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1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

1

1.1

VsSeobecna bezpecnostni
opatreni

O této dokumentaci

= PUvodni dokumentace je napsana v angliétiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

= Bezpecnostni opatfeni popsana v tomto dokumentu zahrnuji velmi
dilezita témata. Peclivé je dodrzuijte.

= Instalace systétmu a vSechny cinnosti popsané v instalacni
pfiru€ce a instalacni referencni pfiruéce MUSI byt provedeny
autorizovanym instalacnim technikem.

111

Vyznam varovani a symbolu

A

NEBEZPECI

Oznaluje situaci, ktera bude mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

B

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznacuje situaci, kterda mize mit za nasledek usmrceni
elektrickym proudem.

B

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI / OPARENI

Oznacuje situaci, ktera by mohla mit za nasledek spaleni /
opareni v dlsledku extrémnich vysokych nebo nizkych
teplot.

B

NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol ozna&uje situaci, ktera miize mit za nasledek
vybuch.

VYSTRAHA

Oznacuje situaci, ktera mize mit za nasledek smrt nebo
Vazné zranéni.

Symbol

Vysvétleni

Oznacuje nazev obrazku nebo odkaz na néj.

Priklad: "& 1-3 Nazev obrazku" znamena
"Obréazek 3 v kapitole 1".

Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.

i

Priklad: "B 1-3 Nazev tabulky" znamena
"Tabulka 3 v kapitole 1".

1.2

Pro uzivatele

/N\ VYSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti zplsoby obsluhy
jednotky, kontaktujte svého
instalacniho technika.

A

VYSTRAHA

Tento spotfebi¢ miZe byt pouzivan
détmi starSimi 8 let a osobami se
snizenymi psychickymi, smyslovymi Ci
mentalnimi schopnostmi, nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud je nad
nimi zajistén dohled nebo jim byly
predany pokyny tykajici se obsluhy
tohoto spotfebiCe bezpeCnym
zplsobem a rozuméji veSkerym
nebezpedim.

Déti si NESMI se zafizenim hrat.
Cisténi a uzivatelskou udrzbu NESMi
provadét déti bez dohledu.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

BB P

UPOZORNENI

Oznaduje situaci, kterd mize mit za nasledek leh&i nebo
stfedni zranéni.

e

POZNAMKA

Oznaduje situaci, kterd mize mit za nasledek poskozeni
zafizeni nebo majetku.

INFORMACE

Oznacuje uzite€né tipy nebo doplniujici informace.

Symboly pouzité na jednotce:

Vysvétleni

PFed instalaci si prostudujte navod instalaci a
navod k obsluze a schémat zapojeni elektrické
kabelaze.

§ ki

Pfed provadénim udrzby nebo servisu si
prostudujte servisni prirucku.

B

Dal$i informace naleznete v navodu k instalaci a
uzivatelské pfirucce.

>

Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. PFi
udrzbé nebo kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouzité v dokumentaci:

VYSTRAHA

Pro zabranéni Urazu elektrickym

proudem nebo pozZaru:

= Jednotku NEOPLACHUJTE.

= NEOVLADEJTE jednotku mokryma
rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE zadné
predméty obsahujici vodu.

UPOZORNENI

= Na horni stranu (horni desku)
jednotky NEPOKLADEJTE zadné
predméty ani pristroje.

= Na horni stranu jednotky
NESEDEJTE, NEVYLEZEJTE, ani
NESTOUPEJTE.
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1 VSeobecna bezpecénostni opatreni

= Jednotky jsou ozna€eny nasledujicimi symboly:
I

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty se NESMI
pfidavat do netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE
demontaz systému sami: demontdz systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatnich ¢asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu
s prislusnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby
jejich soucasti mohly byt opakované pouZzity, recyklovany nebo
regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomdzete
ochrané pred pfipadnymi negativnimi ddsledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. DalSi informace vam
poskytne instala¢ni technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

)4

To znamena, 7e baterie se NESMIi pfidavat do netfidéného
domovniho odpadu. Je-li vedle symbolu vytisténa chemicka
znacka, dana chemickd znacka znamena, Ze baterie obsahuje
tézky kov ve vySSi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadni baterie MUSI byt zlikvidovany ve specializovaném
recyklacnim zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci baterii,
pomiZete ochrané pred pfipadnymi negativnimi ddsledky pro
Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

1.3 Pro instalaéniho technika

1.31 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti zplsoby instalace nebo obsluhy jednotky,
kontaktujte svého dodavatele.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

= NEDOTYKEJTE se potrubi pro chladivo, vodu ani
vnitfnich soucasti béhem a bezprostfedné po ukonceni
provozu. Mohou byt pfili§ horké nebo studené.
Poskytnéte dostatek Casu, aby se u nich vyrovnala
normalni teplota. Pokud se jich MUSITE dotknout,
pouzivejte ochranné rukavice.

= NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva pfimo.

A VYSTRAHA

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni i
prislusenstvi mohou zpdsobit Uraz elektrickym proudem,
zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poSkozeni zafizeni.
Pouzivejte POUZE pfisluSenstvi, volitelné vybaveni a
nahradni dily vyrobené nebo schvalené spolecnosti Daikin.

A VYSTRAHA

Ujistéte se, Ze instalace, zkouSeni a pouzité materialy
odpovidaji platnym predpisim (nad pokyny popsanymi v
dokumentaci Daikin).

A UPOZORNENI

Pouzivejte adekvatni osobni ochranné pomticky (ochranné
rukavice, bezpecnostni bryle,...) pfi instalaci, tdrzbé nebo
provadéni servisu systému.

A VYSTRAHA

Roztrhnéte a vyhodte plastové obaly, aby si s nimi nikdo,
zvIasté déti, nehral. Mozné riziko: uduseni.

A VYSTRAHA

Provedte pfiméfena opatfeni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svdj Gkryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zpUsobit poruchu, kout nebo
pozar.

A UPOZORNENi

NEDOTYKEJTE se vstupu vzduchu ani hlinikovych Zzaluzii
jednotky.

A UPOZORNENI

= Na horni stranu  (horni  desku)  jednotky
NEPOKLADEJTE 7adné pfedméty ani pfistroje.

= Na horni stranu jednotky NESEDEJTE,

NEVYLEZEJTE, ani NESTOUPEJTE.

V souladu s platnou legislativou miZze byt nutné s produktem
poskytnout zéznamovou knihu obsahujici minimalné nasledujici
Gdaje: informace o Gdrzbé&, opravach, vysledcich testd, intervalech
pohotovostniho rezimu atd.

V pristupné ¢&asti produktu MUSI byt k dispozici minimalné
néasledujici informace:

= Pokyny pro vypnuti systému v pfipadé nouze.

= Nazev a adresa hasi¢ského shoru, policie a |ékafské zachranné
sluzby.

= Nazev, adresa a denni a no¢ni telefonni ¢isla pro zajisténi sluzby.

V Evropé obsahuje smérnice k vedeni tohoto deniku zafizeni norma
EN378.

1.3.2 Misto instalace

= Kolem jednotky ponechte dostate¢ny prostor pro Ucely servisu a
zajisténi potfebného obéhu vzduchu.

= Ujistéte se, Ze misto instalace je schopno nést hmotnost a vibrace
jednotky.

= Zajistéte, aby prostor byl dobfe odvétran. NEBLOKUJTE otvory
pro vstup a vystup vzduchu.

= Jednotka musi byt vodorovna.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista s nasledujicimi vlastnostmi:

= Potencialné vybusné ovzdusi.

= V mistech, kde je instalovano vybaveni, jeZz vydava
elektromagnetické vinéni. Elektromagnetické viny by mohly rusit
fidici systém a zpUlsobit poruchu funkce zatizeni.

= V mistech, kde hrozi nebezpedi pozaru v ddsledku Uniku
hoflavych plynl (pfiklad: fedidlo nebo benzin), kde se nachazi
uhlikovéa vlakna, hoflavy prach.

= V mistech, kde vznikaji korozivni plyny (napriklad oxid sifiCity
nebo sirovy). Koroze mé&déného potrubi nebo spajenych dill by
mohla zpUsobit Unik chladiva.

1.3.3 Chladivo - v pripadé chladiva R410A nebo
R32

Je-li pouzito. DalSi informace naleznete v instalacni pfiru€ce nebo
referencni pfiru€ce instalaci pro vasi aplikaci.

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze potrubi rozvodu chladiva spliiuje veskeré
platné predpisy. V Evropé se toto fidi normou EN378.

POZNAMKA

Ujistéte se, ze potrubi na misté instalace a pripojky
NEJSOU vystaveny namahani.
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1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

A

VYSTRAHA

V pribéhu zkoudek NIKDY nezvy3uijte tlak ve vyrobku nad
maximalni povolenou hodnotu (jak je uvedeno na typovém
Stitku jednotky).

A

VYSTRAHA

V piipadé uniku chladiva zabrafite kontaktu plynd
s otevienym ohném. Pokud plynné chladivo béhem
instalace uniké, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:

= Nadmeérné koncentrace chladiva v uzavieném prostoru
mohou zpdsobit nedostatek kysliku.

= Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou
vznikat jedovaté plyny.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Rezim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat
systém a doslo k uniku v chladicim okruhu:

= NEPOUZIVEJTE funkci automatického od&erpavani,
diky které muaZete shroméazdit veskeré chladivo ze
systému ve venkovni jednotce. Mozny dopad:
Samozéapal a vybuch kompresoru v ddsledku pronikani
vzduchu do pracujiciho kompresoru.

= Pouzijte samostatny odsavani,
pracovat kompresor jednotky.

aby NEMUSEL

VYSTRAHA
VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEJTE je pfimo do

Pokud Pak:

Je pfitomna sifonova trubka

(tj. valec je oznacen "Plnici sifon
kapaliny pfipojen™)

Doplfiujte s nadobou ve
vzpfimené poloze.

C

Neni pfitomna sifonova trubka

Doplnujte s nadobou v obracené
poloze.

= Tlakové nadoby s chladivem otevirejte pomalu.

= Chladivo doplfiujte v kapalném stavu. Doplhovanim chladiva v
plynné podobé by mohlo branit spravnému provozu systému.

UPOZORNENI

Po skonceném doplnéni chladiva nebo béhem prestavek
ihned uzavrete ventil nadrze s chladivem. Pokud ventil
NENI uzavien ihned, zbyvajici tlak mliZze napinit dalsi
chladivo. Mozny dopad: Nespravné mnozstvi chladiva.

134

Chladivo - v pripadé chladiva R744

DalSi informace naleznete v instalacni pfirucce nebo referenéni

prostfedi. Pouzijte podtlakové CcCerpadlo pro odsati e e . e
instalace. prirucce instalaci pro vasi aplikaci.
POZNAMKA POZNAMKA

Po pripojeni veSkerého potrubi se ujistéte, Zze nedochazi k
zaddnému Uniku plynu. Pouzijte dusik pro detekci Uniku
plynu.

POZNAMKA

= Chcete-li se vyhnout poskozeni kompresoru,
NEDOPLNUJTE do systému vice chladiva, nez je
specifikované mnoZzstvi.

= KdyZ chcete otevfit systém chladiva, MUSI byt s
chladivem manipulovano podle platné legislativy.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby se v systému nevyskytoval zadny vzduch.
Chladivo Ize dopliiovat AZ po provedeni zkousky tésnosti a
po vakuovani potrubi.

Mozny dopad: Samozapal a vybuch kompresoru v
dusledku pronikani kysliku do pracujiciho kompresoru.

Je-li tfeba napln doplnit, viz vyrobni Stitek jednotky. Uvadi

chladivo a jeho potfebné mnozstvi.

Jednotka je z vyroby naplnéna chladivem a v zavislosti na

rozméru a délce potrubi mohou nékteré systémy vyzadovat
dodatecnou néapl chladiva.

PouZivejte nastroje  VYHRADNE uréené pro chladivo typu

pouzitého v systému, abyste zajistili potfebny tlak a predesli
moznosti vniknuti cizich predmétd.

Dopliite kapalné chladivo nasledujicim zplsobem:

Ujistéte se, Ze potrubi rozvodu chladiva splfiuje veSkeré
platné predpisy. V Evropé se toto fidi normou EN378.

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze potrubi na misté instalace a pfipojky
NEJSOU vystaveny namahani.

VYSTRAHA

V pribéhu zkoudek NIKDY nezvysuijte tlak ve vyrobku nad
maximalni povolenou hodnotu (jak je uvedeno na typovém
Stitku jednotky).

VYSTRAHA

V pfipadé Uniku chladiva zabraite kontaktu plynd
s otevienym ohném. Pokud plynné chladivo béhem
instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. Mozna rizika:

= Otrava oxidem uhli¢itym

= UduSeni

POZNAMKA

Po pfipojeni veSkerého potrubi se ujistéte, Zze nedochazi k
zadnému Uniku plynu. Pouzijte dusik pro detekci Uniku
plynu.

o

POZNAMKA

= Chcete-li se vyhnout poskozeni kompresoru,
NEDOPLNUJTE do systému vice chladiva, neZ je
specifikované mnozstvi.

= KdyZ chcete oteviit systém chladiva, MUSI byt s
chladivem manipulovano podle platné legislativy.
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1 VSeobecna bezpecénostni opatreni

A VYSTRAHA

Zajistéte, aby se v systému nevyskytoval zadny vzduch.
Chladivo Ize dopliiovat AZ po provedeni zkousky t&snosti a
po vakuovani potrubi.

Mozny dopad: Samozapal a vybuch kompresoru v
dusledku pronikani kysliku do pracujiciho kompresoru.

A UPOZORNENi

Odsavany systém se bude nachazet pod trojnym bodem.
Abyste zabranili vzniku pevného ledu, VZDY proto zacnéte
plnit chladivo R744 v plynném stavu. Kdyz je dosazeno
trojného bodu (5,2 bar absolutniho tlaku, nebo 4,2 bar
pristrojového tlaku), mdZete pokracovat v pInéni chladivem
R744 v kapalném stavu.

= Je-li tfeba napln doplnit, viz vyrobni Stitek jednotky. Uvadi
chladivo a jeho potfebné mnozstvi.
= Jednotka je z vyroby naplnéna chladivem a v zavislosti na

rozméru a délce potrubi mohou nékteré systémy vyzadovat
dodate¢nou napln chladiva.

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R744 (CO,). Jiné latky mohou
zpUsobit exploze nebo poZar.

= NIKDY NEDOPLNUJTE kapalné chladivo pfimo z potrubi plynu.
Stlaeni kapaliny by mohlo zplsobit zavadu kompresoru.

= Pouzivejte nastroje vyhradné uréené pro chladivo typu pouzitého
v systému, abyste zajistili potfebny tlak a predesli moznosti
vniknuti cizich pfedmétd.

= Tlakové nadoby s chladivem otevirejte pomalu.

A UPOZORNENI

Po skonceném doplnéni chladiva nebo béhem prestavek
ihned uzavrete ventil nadrze s chladivem. Pokud ventil
NENI uzavfen ihned, zbyvajici tlak miZe naplnit dalsi
chladivo. Mozny dopad: Nespravné mnozstvi chladiva.

1.3.5 Solanka

Pokud je to vhodné. DalSi informace o vaSem pouziti viz instalacni
navod nebo referencni pfirucka pro instalacniho technika.

A VYSTRAHA

Vybeér solanky MUSI byt v souladu s pfislusnymi predpisy.

A VYSTRAHA

Zajistéte nalezita bezpecnostni opatfeni v pripadé Uniku
solanky. Jestlize dojde k Uniku solanky, odvétrejte ihned
cely prostor a kontaktujte svého mistniho prodejce.

A VYSTRAHA

Teplota okoli uvnit jednotky mdze byt mnohem vy3si nez v
pokoji, napf. 70°C. V pripadé Uniku solanky mohou horké
soucasti uvnitr jednotky vytvofit nebezpecnou situaci.

A VYSTRAHA

Pouziti a instalace MUSI spliiovat bezpe&nostni opatfeni a
opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi stanovena v
prislusné legislative.

1.3.6 Voda

Pokud je to vhodné. DalSi informace o vaSem pouziti viz instalacni
navod nebo referencni pfirucka pro instalacniho technika.

@ POZNAMKA

Zkontrolujte, zda kvalita vody odpovida smérnici EU
2020/2184.

1.3.7 Elektricka instalace

A NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
= Pfed sejmutim kryti skfiné spinace, pfipojenim
elektrické kabelaze nebo kontaktem s elektrickymi
soucastmi VYPNETE napéjent.

= Pfed Udrzbou odpojte elektrické napéajeni na vice nez
10 minut a zméfte napéti na svorkach kondenzatorl
hlavniho obvodu nebo elektrickych soucasti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych sougasti, MUSI
napéti klesnout nize nez 50 V DC. Umisténi svorek je
popséan ve schématu elektrického zapojeni.

= NEDOTYKEJTE se elektrickych soucasti mokryma
rukama.

= NIKDY NENECHAVEJTE bg&hem instalace nebo
Udrzby jednotku bez dozoru, je-li servisni kryt
demontovany.

A VYSTRAHA

Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na
pevném kabelovém vedeni MUSI byt nainstalovan hlavni
spina¢ nebo jiné prostfedky pro odpojeni, majici oddélené
kontakty na vSech polech tak, aby to zajiStovalo odpojeni
pri prepéti za stavu kategorie |lI.

A VYSTRAHA

Pouzivejte POUZE médéné vodice.

= Zajistéte, aby viechny velikosti vodi¢t byly v souladu s
platnou legislativou.

= Veskera elektricka instalace MUSI byt provedena v
souladu se schématem zapojeni dodavanym s
produktem.

= Dbejte na to, aby NEDOSLO k sevfeni svazanych
kabelli a zajistéte, aby tyto kabely NEPRICHAZELY do
styku s potrubim a s ostrymi okraji. Zajistéte, aby na
svorkovnici nepCisobily Zadné vnéjsi sily.

= Zajistéte instalaci zemniciho vodiCe. Jednotku
NEUZEMNUJTE k potrubi, bleskosvodu ani uzemnéni
telefonniho vedeni. Nedokonalé uzemnéni mdze
zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

= Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY
nepouzivejte elektricky obvod spole€ny s jinym
zafizenim.

= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a
jistica.

= Zajistéte instalaci jistice svodového zemniciho proudu.
Zanedbani této zasady mdze zplsobit Graz elektrickym
proudem nebo pozar.

= P¥i instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na
to, aby tato ochrana byla kompatibilni s invertorem
(odolnému  proti  vysokofrekvenénimu elektrickému
Sumu), aby nedochéazelo ke zbytenému rozpojovani
této ochrany.

A UPOZORNENI
= Pfi pfipojovani zdroje napdajeni: pred provadénim
zapojeni pod proudem nejdfive pfipojte  kabel

uzemnéni.

= Pfi odpojovani zdroje napajeni: pred odpojenim
uzemnéni nejdfive odpojte kabely pod proudem.

= Délka vodi¢i mezi uchycenim pro uvolnéni tahu a
samotnou svorkovnici MUSI byt takova, aby vodice
vedouci proud byly napnuty dfive nez uzemnéni pro
pfipad, Ze by bylo napajeni tahem uvolnéno z uchyceni
pro uvolnéni zatéze.
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1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

@ POZNAMKA

Bezpecnostni opatfeni pfi pokladce elektrického zapojeni:
( ] { ] Th @
v X X

= NEPRIPOJUJTE vodite o rlzné tloustce ke
svorkovnici napajeni (préivés vodi¢d napajeni mdze
zpUsobit abnormalni zahfivani).

= Pii zapojovani vodi€l o stejné tloustce se fidte
obrazkem nahore.

= Pro zapojeni pouzijte stanoveny napéajeci vodic a
pevné jej pripojte, poté zajistéte, aby se zabranilo

moznosti vlivu vnéjsi sily na desku svorkovnice.

= Pro utaZeni 3roubl svorkovnice pouzijte vhodny
Sroubovak. P¥ilis maly Sroubovak mlze poskodit hlavu
Sroubu a nebude mozné jeho dostatecné utazeni.

= PretaZeni Sroubl svorkovnice je mize po3kodit.

Z dGvodd zamezeni ruSeni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci
kabel veden ve vzdalenosti nejméné 1 m od televiznich a
rozhlasovych pfijimac. Podle typu radiovych vin NEMUSI byt
vzdélenost 1 metr k eliminaci Sumu dostatecna.

VYSTRAHA

= Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda
jsou vSechny elektrické soucasti a svorky uvnitf
elektrické rozvodné skrinky bezpe€né zapojeny.

= Pred spusténim jednotky se ujistéte, Ze jsou uzavieny
vSechny kryty.

POZNAMKA

Plati pouze v pfipadé, Zze napajeci zdroj je tfifazovy a
kompresor je spoustén zplisobem ZAPNUTO/VYPNUTO.

Jestlize existuje moznost, Ze dojde k pFevraceni fazi po
vypadku napéajeni a proud se VYPINA a ZAPINA za
provozu zafizeni, instalujte samostatny mistni obvod na
ochranu pfed obracenou fazi. Spusténi zafizeni s
obracenym zapojenim faze mlze zplsobit po3kozeni
kompresoru a dalSich ¢asti systému.

1.4 Slovnik pojmu

Prodejce
Obchodni distributor vyrobku.

Autorizovany instalacni technik
Odborng zplsobila osoba, ktera je kvalifikovana k instalaci
vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera vlastni vyrobek, nebo jej pouziva.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, statni a mistni nafizeni,
zakony, vyhlasky nebo predpisy, které jsou relevantni a
platné pro ur€ity vyrobek nebo oblast.

Servisni firma
Kvalifikovana firma, kterd mize provadét nebo koordinovat
pozadovany servis jednotky.

Instala¢ni navod
Navod pro ur€ity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
instalovat, konfigurovat a udrzovat v dobrém stavu.

Navod k obsluze

Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
pouzivat.

Pokyny pro udrzbu
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici (pokud
je to relevantni), jak instalovat, konfigurovat, ovladat a/nebo
udrzovat vyrobek nebo aplikaci.

Prislusenstvi
Stitky, néavody, informacni listy a vybaveni, které je
dodavano s vyrobkem a které musi byt instalovano dle
pokynt v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybaveni
Vybaveni vyrobené nebo schvalené spolecnosti Daikin,
které je mozné kombinovat s vyrobkem dle pokynd v
doprovodné dokumentaci.

Mistni dodavka
Vybaveni, které NENI vyrobené spole&nosti Daikin, které je
mozné kombinovat s vyrobkem dle pokynl v doprovodné
dokumentaci.

DAIKIN
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