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1 Genel glivenlik onlemleri

1.1 Dokiimanlar hakkinda

= Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

= Bu dokimanda agiklanan o&nlemler, ¢ok ©nemli hususlari
kapsamaktadir, bu nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montajci referans kilavuzunda agiklanan
sistem montaji ve tum faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan
yerine GETIRILMELIDIR.

1.1.1 Uyan ve simgelerin anlamlari

A TEHLIKE

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuclanacak durumlar
gOsterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Elektrik garpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.

B

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Asin yuksek veya asir dustk sicakliklar nedeniyle
yaniklara neden olabilecek durumlari gosterir.

B

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol acabilecek durumlari gdsterir.

B

UYARI

Olim veya ciddi
durumlar gosterir.

yaralanmalarla  sonuglanabilecek

UYARI: YANICI MADDE

DIKKAT

Kugik veya orta ciddiyette
sonuglanabilecek durumlari gosterir.

>B B

yaralanmalarla

BILDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek
durumlari gosterir.

e

BILGI

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Aciklama

Montajdan énce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Sembol
Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden

once, servis kilavuzunu okuyun.

I-m] Daha fazla bilgi iin montajci ve kullanici referans

kilavuzuna bakin.

1.2 Kullanici igin

= Unitenin  nasil calistirimasi  gerektigi konusunda emin

DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

= Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandidi ve kapsanan tehlikeleri anladiklari taktirde 8 yasinda
ve daha biyuk c¢ocuklar ve dusik fiziksel, duyusal veya zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun Kkisiler
tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla OYNAMAMALARI
gerekmektedir. Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan
cocuklar tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
iin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galistirmayin.

= Unite Gizerine KESINLIKLE su iceren égeler koymayin.

@ BiLDIRIM
= Unitenin (izerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya

cihaz koymayin.

= Unitenin Gizerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

|

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Urlnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi
kendinize demonte etmeye calismayin: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerceklestiriimelidir.

Klimalar yeniden kullanim, geri dénustirme ve geri kazanim igin
Ozel bir igleme tesisinde islenmelidir. Bu Urunin dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan saghgi icin olasi
olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

= Piller su simgelerle isaretlenir:

Bu, pillerin siniflandiriimamig ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal semboliin anlami piller
belirli bir konsantrasyon Uzerinde agir metal igeriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Atik piller mutlaka yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
islenmelidir. Atik pillerin dizgln bir bicimde bertaraf edilmesini
saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin
onlenmesine yardimci olabilirsiniz.

1.3 Montor igin

1.3.1 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi ve calistiriimasi gerektigi konusunda
emin DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

@ BiLDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan Uretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve vyedek pargalari
kullanin.

A UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin
kilavuzlarinda acgiklanan talimatlardan oncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.
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1 Genel glivenlik dnlemleri

A DIKKAT
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gerceklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

A UYARI

Ozellikle gocuklarin  oynamasini  engellemek icin,
ambalajdan ¢ikan naylon torbalari parcalayarak ¢ope atin.
Olasi risk: bogulma.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

= Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra
sogutucu akiskan borularina, su borularina ve dahili
pargalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu parcalar gok
sicak veya ¢ok soguk olabilir. Normal oda sicakligina
doénmesi  igin  bekleyin. Mutlaka  dokunmaniz
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini énlemek igin gerekli énlemleri alin. Kiguk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

A DIKKAT

Unitenin hava girisine veya aliiminyum kanatlarina
KESINLIKLE dokunmayin.

BiLDIRIM
= Unitenin (izerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin (izerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

BiLDIRIM
Su girisinin 6nlenmesi igin, dis Unitedeki galismalarin kuru
hava kosullarinda gergeklestiriimesi daha uygundur.

llgili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim ¢alismalar, test
sonuglari, bekleme sureleri, ... hakkinda bilgiler iceren bir kayit
defterinin Grlinle birlikte tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagida siralanan bilgiler mutlaka Grinun
kolayca erisilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri

= lIgili servisin ad, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon
numaralari

Avrupa igin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda
belirtilmistir.

1.3.2 Montaj sahasi

« Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu igin yeterli bosluk
birakin.

= Montaj sahasinin  Unitenin
dayanabileceginden emin olun.

agrrhgina  ve titresimlerine

= Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini
engellemeyin.

+ Unitenin diiz durdugundan emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:

= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulundugu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazin arizalanmasina yol agabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacaklari, karbon
fiberi, tutusabilir tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

= Korozif gazlarin (6rnek: sdlfirik asit gazi) bulundugu ortamlar.
Bakir borularin veya lehimlenmis pargalarin korozyonu sogutucu
akiskan kacgaklarina neden olabilir.

R32 sogutucu kullanan ekipmanlar igin talimatlar
Uygunsa.

UYARI
= DELMEYIN veya YAKMAYIN.

= Buz ¢b6zme islemini hizlandirmak veya ekipmani
temizlemek igin Uretici tarafindan onerilenler disinda
yontemler KULLANMAY IN.

= R32 sogutucunun KOKUSUZ olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve
surekli galisan atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda
blyukligu asagida belirtildigi gibi olmalidir.

@ BiLDIRIM
= Daha o0Once kullaniimig olan baglantilari tekrar
KULLANMAYIN.

= Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda
yapilan baglantilar bakim amaciyla erigilebilir olmalidir.

UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim islemlerinin Daikin
talimatlarina ve ilgili mevzuata (6rnegin ulusal gaz
yonetmeligi) uydugundan ve sadece vyetkili kiisiler
tarafindan yapildigindan emin olun.

Montaj alani gereksinimleri

@ BiLDIRIM

= Boru tesisatl fiziksel hasarlardan korunacaktir.

= Boru tesisati asgari diizeyde tutulacaktir.

UYARI

Cihazlar R32 sogutucu igeriyorsa, cihazlarin icinde monte
edildigi, calistirildigi ve depolandigi odanin zemin alani
asagidaki tabloda tanimlanan minimum zemin alani A'dan
(m?) bllytlk OLMALIDIR. Bu durum sunlara uygulanir:

= Sogutucu kacak sensorii olmayan i¢ Uniteler; sogutucu
kacak sensori bulunan i¢ Uniteler igin montaj
kilavuzuna basvurun

= Kapali mekana monte edilen dis Uniteler (6rn. kis
bahgesi, garaj, makine odasi)

= Havalandiriimayan hacimlerde bulunan boru tesisati

Minimum zemin alanini belirlemek igin

1 Sistemdeki toplam sogutucu sarjini belirleyin (= fabrikadaki
sogutucu sarji @ + @ sarj edilen ilave sogutucu miktari).
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M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
GWP: xxx e =:kg

(2]
|‘. 9 9:0- kg
GWP x kg _|
3 oo | tCOeq

2 Hangi grafik veya tablonun kullanilacagini belirleyin.

= ¢ Gniteler icin: Unite tavana monteli, duvara monteli yoksa
doéseme tipi mi?

= i¢ mekanda kurulan veya depolanan dis (niteler ve
havalandiriimayan hacimlerde bulunan saha borulari igin bu
durum montaj yuksekligine baghdir:

Eger montaj yiiksekligi ... ise |Bu durumda ... icin olan grafik
veya tablo kullanilir

<1,8 m Ddéseme tipi Uniteler
1,8sx<2,2 m Duvara monteli tniteler
222m Tavana monteli Uniteler

3 Minimum zemin alanini belirlemek igin grafik veya tabloyu
kullanin. On kapagin i¢ tarafindaki sekil 1'e bakin.
m  Sistemdeki toplam sogutucu sarji
A, Minimum zemin alani
(a) Ceiling-mounted unit (= Tavana monteli Unite)
(b) Wall-mounted unit (= Duvara monteli tnite)
(c) Floor-standing unit (= Déseme tipi Unite)

1.3.3 Sogutucu akigkan

Mevcutsa. Daha fazla bilgi igin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

@ BILDIRIM
Sogutucu akigkan boru montajinin ilgili mevzuata uygun

oldugundan emin olun. Avrupa'daki ilgili standart EN378
sayill standarttir.

BILDIRIM
Saha borularinin  ve baglantilarinin gerilime maruz
KALMADIGINDAN emin olun.

A UYARI

Testler sirasinda  GUrlini  KESINLIKLE  (linitelerin
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum basincin
Uzerinde bir degerde basinglandirmayin.

A UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE
dogrudan atmosfere salinmasina izin vermeyin. Kurulumu
bosaltmak icin bir vakum pompasi kullanin.

@ BiLDIRIM
Tum borular baglandiktan sonra, gaz kagagi olmadigindan
emin olun. Gaz kagagi kontrolu igin nitrojen kullanin.

@ BiLDIRIM
= Kompresorin bozulmasini 6nlemek igin, belirlenmis
miktardan fazla sogutucu sarj ETMEYIN.

= Sogutucu sisteminin agiimasi gerektiginde, sogutucu
ilgili mevzuata gére islem GORMELIDIR.

A UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu
ancak kagak testi ve vakumlu kurutma islemi
gerceklestirildikten sonra yiklenebilir.

= Yeniden sarj edilmesi gerekiyorsa, Unite Uzerindeki etikete bakin.
Etikette sogutucu akigkan tipi ve gerekli miktari yazihdir.

» Unite, fabrikada sogutucu akiskanla doldurulur, ancak boru
c¢aplarina ve uzunluklarina bagli olarak bazi Unitelere ilave
sogutucu akiskan doldurulmasi gerekebilir.

= Yalnizca sistemde kullanilan sodutucu akiskan tipine 6zel aletler
kullanin; bdylece basing direncini saglar ve sisteme yabanci
madde girigini Onlersiniz.

= Sivi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan,
Bir sifon tlipl mevcuttur

Tip bas yukari konumdayken

(6rn., “Sivi doldurma sifonu takili” sarj edin.

isareti tagiyan tiip) f

Bir sifon tiipii mevcut DEGILDIR |Tiip bas asadi konumdayken sarj

edin.

A UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin.
Sogutucu gaz kagagi meydana gelirse, ortami iyice
havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akiskan
konsantrasyonlarinin asiri ylksek olmasi, oksijen
yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gazin atesle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz aciga cikabilir.

TEHLIKE: PATLAMA RISKIi

Gaz toplama - Sogutucu kacagl. Sistemin gazini
toplamak istiyorsaniz ve sogutucu devresinde kacgak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucuyu dig Unitede toplayabilen
Unitenin  otomatik gaz toplama  fonksiyonunu
KULLANMAYIN. Olasi sonug: Calisan kompresorin
icine giden hava yltzinden kendiliginden yanma ve
kompresorun patlamasi.

= Unitenin kompresorinin calismak zorunda
KALMAYACAGI ayri bir geri kazanma sistemi kullanin.

= Sogutucu akigkan tuplerini yavasca agin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi,
normal galismayi engelleyebilir.

A DIKKAT

Sogutucu yikleme prosediri yerine getirildiginde veya ara
verildiginde, sogutucu tlpinin vanasini hemen kapatin.
Vana derhal KAPATILMAZSA, kalan basing ilave sogutucu
sarj edebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu miktari.

1.34 Tuzlu Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi igin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montdr basvuru kilavuzuna bakin.

UYARI
Tuzlu su secimi MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak
yapilimalidir.

DAIKIN
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Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna

veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

@ BiLDIiRIM

Su kalitesinin 98/83 EC sayili AB direktifine uygun

oldugundan emin olun.

1.3.6 Elektrik

. BILDIRIM

Gl¢ kablolari désenirken alinmasi gereken 6nlemler:

® % 2

= Glg¢ terminal bloguna farkli kalinhktaki kablolar
BAGLAMAYIN (giig kablolarindaki gevseklikler anormal
Isinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolari baglarken, yukaridaki sekilde
gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gti¢ kablolarini kullanin ve bu
kablolari saglam sekilde baglayin ve ardindan terminal
kartina harici basing uygulanmasini 6nlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak igin uygun bir tornavida
kullanin. Kiguk bagh bir tornavida, vida basina zarar
verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalari asiri sikilirsa kirilabilir.

Olasi karigsmalari 6nlemek igin, glg¢ kablolarini televizyon ve
radyolara en az 1 metre uzaktan gegirin. Radyo dalgalarina bagh
olarak, 1 metre mesafe yeterli olmayabilir.

(o]
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<:>Bummm
Yalnizca gl¢ kaynaginin trifaze olmasi ve kompresorde bir

ACIK/KAPALI baslangi¢ ydonteminin bulunmasi durumunda
gecerlidir.

Uriin calisirken anlik bir kesintinin veya giicin gidip
gelmesinin ardindan ters fazin devreye girmesi ihtimali
varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriinin ters fazda calistirilmasi, kompresére ve diger
pargalara zarar verebilir.

1.4 Sozluk

Satici
Uriiniin satis dagiticisidr.

Yetkili montor
Uriinii monte etmeye yetkili teknik kigilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya Griini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grin veya urtndn kullanildigi Ulke icin gegerli ve
yururlikte olan tum uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel
direktifler, kanunlar, yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin igin gerekli servisin gerceklestiriimesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Uriin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim ¢alismalarini aciklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grtin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
nasil kullanilacagini agiklayan kilavuzdur.

Bakim talimatlari:
Belirli bir Grlin veya uygulama igin hazirlanan ve ilgili Griinin
veya uygulamanin montaji, yapilandiriimasi, kullanimi ve/
veya bakimi ile ilgili agiklamalari iceren kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestiriimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
llgili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
iigili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak (riinle
birlikte kullanilabilecek, ancak Daikin  tarafindan
URETILMEYEN cihazlardir.
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