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1 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger

1.1 Om dokumentationen
= Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overszettelser.

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.

= Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrgrende
montering SKAL udfgres af en autoriseret montar.

111 Betydning af advarsler og symboler

A FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig
personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk sted.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger pa
grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.

B>

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

B

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller
alvorlig personskade.

B>

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

@ BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

B>

Symboler p& enheden:

Symbol Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfaring far
montering.
@ Laes servicevejledningen, fer du foretager
vedligeholdelse og service.

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

Enheden indeholder roterende dele. Veer forsigtig
ved vedligeholdelse eller inspektion af enheden.

Symboler i dokumentationen:

Symbol Forklaring

Viser en billedtitel eller en reference hertil.

Eksempel: "& 1-3 billedtitel" betyder "Billede 3 i
afsnit 1".

@ Viser en tabeltitel eller en reference hertil.

Eksempel: "B 1-3 tabeltitel" betyder "Tabel 3 i
afsnit 1".

1.2

For brugeren

/N\ ADVARSEL

Kontakt installatgren, hvis du har
spgrgsmal vedrarende drift af
enheden.

/\ ADVARSEL

Dette udstyr ma ikke anvendes af
personer, herunder bgrn, med nedsat
fysisk formaen, med sansehandicap
eller med mentale handicap, ej heller af
personer med manglende erfaring og
viden, med mindre at de er under
opsyn, eller at de har modtaget
vejledning i anvendelsen af udstyret fra
en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.

Barn skal veere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.

Renggring og vedligeholdelse ma ikke
foretages af barn, der ikke er under
opsyn.

/N\ ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre
elektrisk stegd og brand:

= Enheden ma IKKE skylles.

= Enheden ma IKKE betjenes med
vade heender.

= Der m& IKKE anbringes genstande,
der indeholder vand, oven pa
enheden.

PAS PA

= Der ma IKKE anbringes genstande
eller udstyr oven pa enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta
pa enheden.
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@ BEMAERK = Enheden er pafyldt med kalemiddel fra fabrikken, og afheengigt af
. . . rarstarrelser og rarlaengder kreever nogle systemer yderligere
Sgrg for, at kelergrsinstallationen er i overensstemmelse A . .
- pafyldning af kelemiddel.
med geeldende lovgivning. | Europa er EN378 den
geeldende standard. = Brug kun veerktgj, der passer til det kglemiddel, som anvendes i
systemet, for at opretholde trykket og for at hindre, at
@ BEMARK fremmedlegemer treenger ind i systemet.
Kontrollér, at rgrfering pa brugsstedet og tilslutninger er = Pafyld flydende kaglemiddel pa felgende made:
aflastede. Hvis sa
A ADVARSEL Der findes en haevertslange Pafyldning med opretstaende
: cylinder.
Under test m& produktet ALDRIG szettes under hgijere tryk (dvs. at cylinderen er meerket y
end det maksimalt tilladte tryk (som angivet pd enhedens med "Liquid filling siphon
typeskilt). attached" / "monteret heevert til

A ADVARSEL

vaeskepafyldning”)

Treef de ngdvendige forholdsregler i tilfeelde af

kelemiddelleekage. Hvis der treenger kglegas ud i rummet, Der findes IKKE en hzevertslange |Pafyldning med cylinderen drejet

skal rummet udluftes med det samme. Mulige risici:

= Huvis der treenger kglemiddel ud i et lukket rum, kan det
medfgre mangel pa ilt.

= Hvis der anvendes R410A eller R32 kglemiddel: Der
kan dannes giftige gasser, hvis kglegassen kommer i

omkring.

kontakt med ild.

= Hvis der anvendes CO, kglemiddel: Kglegassen er

= Man skal abne kglemiddelcylindre langsomt.

giftig i store koncentrationer. = Pafyld keglemidlet i veeskeform. Pafyldning i gasform kan hindre

normal drift.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION A

Temning — kelemiddelaekage. Hvis du gnsker at tamme
systemet, og hvis der er en leekage i kalemiddelkredsen:

= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk temning,
ved hjeelp af hvilken du kan samle al keglemiddel fra
systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:

PAS PA

Efter afslutning af pafyldning, eller nar du holder pause,
skal du lukke ventilen pa kglemiddelbeholderen med det
samme. Hvis IKKE ventilen lukkes med det samme, kan
resterende tryk pafylde ekstra kglemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert meengde kaglemiddel.

Selvantzendelse og eksplosion i kompressoren pa
grund af, at der treenger luft ind i den kerende

kompressor. 1.3.4 Brine
= Brug et separat tgmmesystem, sa& enhedens Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
kompressor IKKE behgver at kare. eller installatarvejledningen for anvendelsen.
ADVARSEL

A ADVARSEL A

Kglemidlet skal ALTID genvindes. De ma IKKE slippes
direkte ud i miljget. Brug en vakuumpumpe til at tsmme

Valget af brine SKAL veere i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

installationen.

A

@ BEMARK

Nar alle rer er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gasleekager. Brug nitrogen til at registrere

ADVARSEL

Tag tilstreekkelige forholdsregler i tilfeelde af leekage af
brine. Hvis der opstar leekage af brine, skal du straks
udlufte omradet og kontakte din lokale forhandler.

gasudslip.

@ BEM/ERK

= Pafyld IKKE mere end den specificerede meengde
kglemiddel for at undgd, at kompressoren bryder

A

ADVARSEL

Den omgivende temperatur inde i enheden kan blive
meget hgjere end i rummet, f.eks. 70°C. Ved leekage af
brine kan varme dele inde i enheden skabe en farlig
situation.

sammen.
= Hvis kglesystemet skal abnes, SKAL kaglemidlet ﬁ
behandles i henhold til relevante bestemmelser.

A ADVARSEL

Sarg for, at der ikke er ilt i systemet. Kglemidlet ma ferst

ADVARSEL

Brug og installation af programmet SKAL overholde de
sikkerheds- og miljgmeessige foranstaltninger, der er
angivet i geeldende lovgivning.

pafyldes efter udfgrelse af teethedsprgvning og

vakuumtgrring. 1.3.5 Vand
Mulig konsekvens: : Selvanteendelse og eksplosion af Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
kompressoren pa grund af Iuft, der strgmmer ind i eller installatarvejledningen vedrgrende dit anlaeg.
kompressoren, som er i drift.
@ BEM/ERK
= Hvis det er ngdvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne pa

enhedens fabriksskilt. Her er der anfart typen af kelemiddel og

Serg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

den ngdvendige maengde.
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1.3.6 Elektrisk

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Sla al stramforsyning FRA, fgr du fierner el-boksens
deeksel, der forbinder elektriske ledninger, eller rarer
ved elektriske dele.

= Afbryd strgmforsyningen i mere end 1 minut, og mal
speendingen over terminalerne pa hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter for
servicering. Speendingen SKAL veere mindre end
50 V DC, for du kan rgre ved elektriske komponenter.
Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade
haender.

= Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedeekslet er fiernet.

A ADVARSEL

Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsferingen ved
overspending i henhold til relevant lovgivning
(overspeaendingskategori 1ll), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.

A ADVARSEL

Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsinstallationen pé& brugsstedet er i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

= Al ledningsfering pa brugsstedet SKAL udfgres i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.

= Kabelbundter ma ALDRIG presses sammen, og du skal
sgrge for, at de ikke kommer i kontakt med rer og
skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Sgrg for at installere en jordledning. Enheden méa IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstram eller
en jordforbindelse  til  telefon. Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

= Sgrg for at bruge en saerskilt stremkreds. Brug ALDRIG
en stramforsyning, der deles med et andet apparat.

= Sgrg for at installere de pakreevede sikringer eller
afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstramsafbryder. | modsat
fald kan der opsta elektrisk stgd eller brand.

= Ved installation af fejlstremsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undgd, at
fejlstramsafbryderen aktiveres ungdigt.

PAS PA

= Nar du tilslutter stremforsyningen, skal du etablere
jordforbindelsen, fgr du tilslutter de speendingsferende
forbindelser.

= Nar du afbryder stremforsyningen, skal du afbryde de
strgmfgrende ledninger, far du afbryder
jordforbindelsen.

= Leengden pa lederne mellem stramforsyningskablets
binder og selve klemreekken skal veere sadan, at de
speendingsfarende ledere strammes for jordlederen,
hvis stremforsyningskablet traekkes fri af
kabelbinderen.

@ BEMARK

Forholdsregler ved faring af stramfgrende ledninger:
( 1 () won @

= Forbind IKKE ledninger med forskellig tykkelse med
den samme strgmfgrende klemreekke (hvis ikke
stremfgrende ledninger sidder fast, kan det forarsage
unormal varmedannelse).

= Se figuren ovenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.

= Brug egnede strgmforsyningsledninger til
ledningsfaring og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemraekken ikke udseettes for ekstern belastning.

= Brug en passende skruetreekker til stramning af
terminalskruerne. En skruetreekker med et lille hoved vil
gdelaegge terminalskruen, som s ikke kan spaendes
korrekt.

= Hvis man spaender terminalskruerne for hardt, kan de
blive gdelagt.

Stramkabler skal installeres mindst 1 m fra fijernsyn eller radioer for
at forhindre interferens. Afhaengigt af radiobglgerne er en afstand pa
1 m maske ikke tilstreekkelig.

ADVARSEL

= Efter udfgrelsen af det elektriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.

= Sgrg for, at alle deeksler er lukket, fgr enheden startes
op.

BEMAERK

Kun geeldende, hvis strgmforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
strgmsvigt, eller hvis stremmen kommer og gar, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive gdelagt.

14 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributar for produktet.

Autoriseret installater
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Gealdende lovgivning
Alle internationale, europeeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfare eller koordinere den
ngdvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.
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