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1 | DokGmanlar hakkinda

1 DokUmanlar hakkinda

1.1 Bu dokUman hakkinda

UYARI
Kurulum, servis, bakim, onarim ve uygulamali malzemelerin Daikin talimatlarini

("Dokiimantasyon setinde" listelenen tiim belgeler dahil) izlediginden ve ek olarak
ilgili mevzuata uygun oldugundan ve yalnizca kalifiye kisiler tarafindan yapildigindan
emin olun. Avrupa ve |IEC standartlarinin uygulanacagi bolgelerde EN/IEC 60335-2-40
uygulanabilir standarttir.

BILGI
Kullanicinin ilgili doktimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve kullanicidan bu
dokiimanlari daha sonra basvurmak Gzere saklamasini isteyin.

i @

Hedef kitle

Yetkili montajcilar + son kullanicilar

. BILGI
l Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve ciftliklerde uzmanlar veya

egitimli kullanicilar tarafindan veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullanilmak tzere tasarlanmistir.

Dokiimantasyon seti
Bu dokliman bir dokiimantasyon setinin pargasidir. Tam set sunlardan olusur:
= Genel giivenlik dnlemleri:
- Montajdan dnce okumaniz gereken givenlik talimatlari
- Format: Basil (i¢ Gnite kutusundan ¢ikar)
= i¢ linite montaj ve kullanim kilavuzu:
- Montaj ve kullanim talimatlari
- Format: Basil (i¢ Gnite kutusundan ¢ikar)
= Montajci ve kullanici referans kilavuzu:
- Montaj hazirhgl, iyi uygulamalar, referans verileri,...

- Temel ve ileri duzey kullanim i¢in ayrintih adim adim talimatlar ve gerekli
bilgiler

- Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde bulabilirsiniz.
Modelinizi bulmak icin Q arama islevini kullanin.

Saglanan dokimanlarin en son revizyonu bolgesel Daikin web sitesinde yayinlanir
ve saticiniz araciligiyla temin edilebilir.

Daikin web sitesinde trintniz hakkinda daha fazla bilgiyi ve tam dokiimantasyon
setini bulmak icin asagidaki QR kodu tarayin.

Orijinal talimatlar ingilizce yazilmistir. Diger tim diller asil talimatlarin cevirileridir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel
erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal Uzerinden ulasilabilir
(kimlik denetimi gerekir).

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC.

Gulsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burcak Sokak No: 20 34848 Maltepe -
[STANBUL / TURKIYE

Tel: 490 216 453 27 00
Faks: +90 216 671 06 00
Cagri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.2 Uyari ve simgelerin anlamlari

TEHLIKE

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari gésterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RisKi

Elektrik carpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Asiri yiksek veya asiri dustk sicakliklar nedeniyle yanmaya/haslanmaya neden
olabilecek durumlari gosterir.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol agabilecek durumlari gosterir.

UYARI

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gésterir.

UYARI: YANICI MADDE

iKAZ

Klclk veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuclanabilecek durumlari gésterir.

OB BPP

DIiKKAT

Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

FDA200+250AXVEB
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1 | DokGmanlar hakkinda

BiLGi

@
l Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Unitede kullanilan semboller:

Simge Aciklama
I::[i:' Montajdan 6énce montaj ve kullanim kilavuzu ve kablo tesisati
talimat sayfasini okuyun.
@ Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden 6nce servis
kilavuzunu okuyun.
[m] Daha fazla bilgi icin montor ve kullanici basvuru kilavuzuna
— bakin.

‘ﬁ Unite déner parcalar icerir. Unitede onarim ya da denetim
yaparken dikkatli olun.

Dokimantasyonda kullanilan semboller:

Simge Aciklama

Bir sekil bashigini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "® 1-3 Sekil bashgi" "Bélim 1'de Sekil 3" anlamina
gelir.

@ Bir tablo basligini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "= 1-3 Tablo bashg" "Bélim 1'de Tablo 3" anlamina
gelir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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2 Genel gtivenlik 6nlemleri

2.1 Montorigin

2.1.1 Genel
Unitenin nasil monte edilmesi veya calistiriimasi gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, saticiniza danisin.
TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi
® Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra sogutucu akiskan borularina, su
borularina ve dahili pargalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu pargalar cok sicak veya
cok soguk olabilir. Normal oda sicakligina donmesi igin bekleyin. MUTLAKA
dokunmaniz gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.
= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.
UYARI
Ekipman veya aksesuarlarin uygun olmayan sekilde montaji veya baglanmasi elektrik
carpmasi, kisa devre, sizinti veya ekipmanda diger hasarlara neden olabilir. Aksi
belirtiimedikge YALNIZCA Daikin tarafindan Uretilmis veya onaylanmis aksesuarlar,
istege bagh ekipmanlar ve yedek pargalar kullanin.
UYARI
Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin kilavuzlarinda agiklanan
talimatlardan 6ncelikli olarak) ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.
UYARI
Hic kimsenin, 6zellikle de cocuklarin oynamamasi igin plastik ambalaj torbalarini yirtip
pargalayin ve ¢ope atin. Olasi sonug: bogulma.
UYARI
Unitenin kigiik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek icin
gerekli 6nlemleri alin. Kiguk hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.
iKAZ
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari gerceklestirirken uygun kisisel
koruyucu malzeme ve ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlukler,...)
kullanin.
iKAZ
Unitenin hava girisine veya aliiminyum kanatlarina KESINLIKLE dokunmayin.
IKAZ
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayin.
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE ¢cikmayin, oturmayin ve basmayin.
FDA200+250AXVEB 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

2.1.2 Montaj sahasl

llgili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalari, test sonuclari,
bekleme sureleri... hakkinda bilgiler iceren bir kayit defterinin UGrlnle birlikte
tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagida siralanan bilgiler Grinin kolayca erisilebilen bir yerinde
TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri
= {lgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon numaralari

Avrupa icin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda belirtilmistir.

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk birakin.

= Montaj sahasinin Unitenin agirligina ve titresimine dayanabileceginden emin
olun.

= ilgili alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma acikliklarini
KAPATMAYIN.

= Unitenin diiz durdugundan emin olun.
Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik  dalgalar  yayan makinelerin bulundugu  ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanin ariza
yapmasina neden olabilir.

Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacaklari, karbon fiberi, tutusabilir
tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

Korozif gazlarin (6rnek: stlfirik asit gazi) bulundugu ortamlar. Bakir borularin
veya lehimlenmis parcalarin korozyonu sogutucu akiskan kacaklarina neden
olabilir.

R32 sogutucu kullanan ekipmanlar igin talimatlar

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan o6nerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz c¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI
Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve surekli calisan atesleme

kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli
isitict) bulunmadigi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda buyUkligi asagida
belirtildigi gibi olmalidir.

UYARI
Montaj, servis, bakim ve onarim islemlerinin Daikin talimatlarina ve ilgili mevzuata

(6rnegin ulusal gaz yonetmeligi) uydugundan ve SADECE vyetkili kisiler tarafindan
yapildigindan emin olun.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

A

UYARI
= Sogutucu borularinda asiri titresim veya sarsintidan kaginmak icin 6nlemler alin.

= Koruma cihazlari, borular ve baglanti parcgalarini olumsuz cevresel etkilere karsi
mimkin oldugunca koruyun.

= Uzun boru hatlarinin genlesmesi ve blzismesi icin yer saglayin.

= Sogutma sistemlerinde borulari, hidrolik sokun sisteme zarar verme olasiligini en
aza indirecek sekilde tasarlayin ve monte edin.

= j¢c mekan ekipman ve borularini, hareketli mobilya veya yeniden yapim faaliyetleri
gibi olaylarda ekipman veya borularin yanlislikla yirtilmayacagi sekilde givenli bir
sekilde monte edin ve koruyun.

A

UYARI

Bir veya daha fazla oda, bir kanal sistemi kullanilarak tniteye bagli ise, sunlardan
emin olun:

= zemin alaninin minimum zemin alani A (m?)'den daha az olmasi durumunda
calisan atesleme kaynaklari (6rnegin: acik alevler, galisan bir gaz cihazi veya
calisan elektrikli isitict) yoktur.

= potansiyel bir atesleme kaynagi olabilecek higbir yardimci cihaz, kanal tesisatinin
icine monte edilmemistir (6rnek: 700°C'yi asan sicakliga sahip sicak ylzeyler ve
elektrik anahtarlama cihazi);

= Kanal calismasinda sadece (Uretici tarafindan onaylanan yardimci cihazlar
kullanilmuistir;

® hava girisi VE cikisi kanal sistemi ile dogrudan ayni odaya baglaniyor. Hava giris
veya ¢ikisl icin asma tavan gibi bosluklari bir kanal olarak KULLANMAYIN.

iKAZ
= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

= Konik borular KESINLIKLE tekrar kullanmayin. Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek
icin yeni havsalar kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa baslh somunlari kullanin. Farkli havsa somunlarinin
kullanilmasi, sogutucu gaz kagaklarina neden olabilir.

iKAZ

Sogutucu kacgaklarini ararken veya tespit etmek icin potansiyel atesleme kaynaklarini
KULLANMAYIN.

A
A
®

DIKKAT
= Daha once kullaniimis olan baglantilari ve bakir contalari tekrar KULLANMAYIN.

® Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda yapilan baglantilar bakim
amaciyla erisilebilir olmalidir.

Montaj alani gereksinimleri

A

UYARI

Cihazlar R32 sogutucu igeriyorsa, cihazlarin igcinde monte edildigi, calistirildigl ve
depolandigl odanin zemin alani asagidaki tabloda tanimlanan minimum zemin alani
A'dan (m?) biyiik OLMALIDIR. Bu durum sunlara uygulanir:

= Sogutucu kagak sensori olmayan i¢ Uniteler; sogutucu kagak sensord bulunan ig
Uniteler icin montaj kilavuzuna basvurun

= Kapali mekana monte edilen dis tniteler (6rn. kis bahgesi, garaj, makine odasi)

FDA200+250AXVEB
Split sistem klimalar
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

DIKKAT
® Boru tesisati glivenle monte edilecek ve fiziksel hasarlardan korunacaktir.

= Boru tesisati montajini asgari diizeyde tutun.

Minimum zemin alanini belirlemek igin

1 Sistemdeki toplam sogutucu sarjini belirleyin (= fabrikadaki sogutucu sarji @ +
@ sarj edilen ilave sogutucu miktari).

M Contains fluorinated greenhouse gases

LR32 | o< |kg

GWP: xxx

R
@ —
9 9:0- |kg

I ﬂ,ﬁl % = tCO,eq

2 Hangi grafik veya tablonun kullanilacagini belirleyin.

= ic Uniteler icin: Unite tavana monteli, duvara monteli yoksa déseme tipi mi?

= ic mekanda kurulan veya depolanan dis Uniteler icin bu durum montaj
yuksekligine baghdir:

Eger montaj yiiksekligi ... ise Bu durumda ... icin olan grafik veya tablo

kullanilir

<1,8m Ddseme tipi Uniteler

1,8<x<2,2 m Duvara monteli Uniteler

>2,2m Tavana monteli Uniteler

3 Minimum zemin alanini belirlemek icin grafik veya tabloyu kullanin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

o /’; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
e 7 unit® unit® unit©
;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kag) A (m?)
o /i1 | <1842 — <1.842 — <1.842 —
] /1| | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
T i 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
el / § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / : 24 4.74 2.4 5.79 24 49.0
8105 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
e 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
S0 ; 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
st i 36 8.20 36 12.3 36 110
150 : 38 9.14 38 13.7 38 123
P = | 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ g 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
o RS : 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' s/ s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o i 1 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
— o/ 5.0 15.8 5.0 23.6 5.0 213
E 0 ! 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
—_ 35 n
T 3 5.4 18.5 5.4 276 5.4 248
< ¥y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
305 : 5.8 21.3 5.8 31.8 5.8 286
m 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
s i 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
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m Sistemdeki toplam sogutucu sarji

A Minimum zemin alani

'min

(a) Ceiling-mounted unit (= Tavana monteli Unite)
(b) Wall-mounted unit (= Duvara monteli Gnite)

(c) Floor-standing unit (= Déseme tipi Unite)

2.1.3 Sogutucu — R410A veya R32 durumunda

Uygunsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna veya montor

basvuru kilavuzuna bakin.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

akiskan devresinde bir kagak varsa:

sistemi kullanin.

Bosaltma — Sogutucu akigkan kagagi. Sistemi bosaltmak istiyorsaniz ve sogutucu

= Sistemdeki tim sogutucu akiskani dis Uniteye toplamak icin kullanabileceginiz,
Unitenin otomatik bosaltma islevini KULLANMAYIN. Olasi sonug: Hava, calisan
kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine yanabilir ve patlayabilir.

= Unite kompresériiniin calismasina GEREK KALMAMASI icin ayri bir geri kazanim

UYARI

Testler sirasinda, Urlne izin verilen maksimum basingtan (lnitenin isim plakasinda
belirtilmistir) daha yiksek bir basing KESINLIKLE uygulamayin.

FDA200+250AXVEB P DAIKIN
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin. Sogutucu gaz kagagl
meydana gelirse, ortami iyice havalandirin. Olasi riskler:

= Kapal bir odada sogutucu akiskan konsantrasyonlarinin asiri yiksek olmasi,
oksijen yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gaz atesle temas ettiginde zehirli gaz Uretilebilir.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE dogrudan atmosfere salinmasina
izin vermeyin. Tesisatl bosaltmak i¢in bir vakum pompasi kullanin.

UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu ANCAK kagak testi ve
vakumlu kurutma islemi gerceklestirildikten sonra ytklenebilir.

Olasi sonug: Oksijen, calisan kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine
yanabilir ve patlayabilir.

DIiKKAT

= Kompresor arizalarini gidermek igin, KESINLIKLE belirtilen sogutucu akiskan
miktarindan fazlasini yiklemeyin.

= Sogutucu akiskan sisteminin agilmasi gerekiyorsa, sogutucu akiskanin mutlaka ilgili
mevzuata uygun sekilde muamele edilmesi GEREKIR.

DiKKAT

Sogutucu akiskan boru montajinin ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.
Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayili standarttir.

DIKKAT
Saha borularinin ve baglantilarinin gerilime MARUZ KALMADIGINDAN emin olun.

DIiKKAT

TUm borular baglandiktan sonra, gaz kagagl olmadigindan emin olun. Gaz kacagi
kontroli icin nitrojen kullanin.

O o @ BB P

= Yeniden sarj gerektiginde, Unitenin plakasina veya sogutucu sarj etiketine bakin.
Plakada sogutucu tipi ve gerekli miktar belirtilmistir.

= Unite ister fabrikada sogutucu ile yiiklenmis ister yiiklenmemis olsun, her iki
durumda da, sistemin boru uzunluklarina ve boru ebadina bagl olarak ek
sogutucu sarj etmeniz gerekebilir.

YALNIZCA sistemde kullanilan sogutucu akiskan tipine 6zel aletler kullanin; bu,
basing direncini saglar ve sisteme yabanci madde girisini onler.

= Sjvi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan

Bir sifon tUpU mevcuttur Tlp bag yukari konumdayken sarj edin.

(6rn., "Sivi doldurma sifonu takili" isareti
taslyan tip)

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
12 Split sistem klimalar
4P580572-1B — 2024.07



2 | Genel glivenlik 6nlemleri

Eger Ardindan

Bir sifon tlipli mevcut DEGILDIR Tup bas asagl konumdayken sarj edin.

= Sogutucu akiskan tiplerini yavasca agin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi, normal calismayi
engelleyebilir.

A

iKAZ
Sogutucu akiskan ylkleme prosedirti tamamlandiginda veya duraklatildiginda,
sogutucu akiskan tankinin vanasini derhal kapatin. Vana derhal KAPATILMAZSA kalan

basingla ilave sogutucu akiskan yiklenebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu akiskan
miktar.

2.1.4 Elektrik
TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
= Anahtar kutusu kapagini ¢ikartmadan, elektrik kablosu baglamadan veya elektrikli
parcalara temas etmeden 6nce tim glic beslemelerini KAPALI konuma getirin.
= Servis islemine baslamadan 6nce, glg kaynagini 10 dakikadan daha uzun bir sire
kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki gerilimi 6lgtn. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi igin, gerilimin
MUTLAKA 50 V DC degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari icin,
kablo semasina bakin.
® Elleriniz 1slakken, KESINLIKLE elektrikli bilesenlere dokunmayin.
= Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE Ginitenin bagindan ayrilmayin.
UYARI
Fabrikada MONTE EDILMEMISSE, kategori Il asiri gerilim kosullarinda tiim
kutuplarinda tam ayirma saglayacak bir kontak ayirma mevcut bir ana anahtar veya
diger baglanti kesme araglari MUTLAKA sabit kablolara baglanmalidir.
FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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A

UYARI
* YALNIZCA bakir teller kullanin.
= Saha kablo tesisatinin ulusal kablo mevzuatina uygun oldugundan emin olun.

® Tim saha kablolari MUTLAKA (rinle verilen kablo semalarina uygun olarak
baglanmalidir.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin, borulara ve keskin kenarlara
temas ETMEDIGINDEN emin olun. Terminal baglantilarina disaridan baski
uygulanmadigindan emin olun.

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke
borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin.
Topraklamanin yetersiz yapilmasi elektrik carpmasina yol agabilir.

= Ozel olarak ayrilmis bir giic devresinin kullanildigindan emin olun. Baska bir
cihazla paylasilan bir glic beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan emin olun.

= Bir toprak kagagi kesicisinin takildigindan emin olun. Bunun yapilmamasi elektrik
carpmasina veya yangina neden olabilir.

® Topraklama kacagl koruyucu monte edilecekse, topraklama kacagi
koruyucusunun gereksiz yere acilmasini 6nlemek igin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (ytksek frekansl elektrik karisimina dayanikl) oldugundan emin olun.

A

UYARI

= Elektrik isi tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli bilesenin ve anahtar kutusu
icindeki terminalin sikica baglandigini dogrulayin.

= Unite calistirilmaya baslamadan énce tiim kapaklarin kapatildigindan emin olun.

A

iKAZ
* GUg¢ beslemesini baglarken: Akim taslyan baglantilari yapmadan 6nce, ilk olarak

toprak kablosunu baglayin.

* GUlg¢ beslemesinin baglantisini keserken: Toprak baglantisini ayirmadan 6nce, ilk
olarak akim tasiyan kablolarin baglantisini kesin.

= GU¢ beslemesi gerilim azaltma ile terminal blogunun kendisi arasindaki
iletkenlerin uzunlugu, gi¢ beslemesinin gerilim azaltmadan ayrilmasi olasiligina
karsl, toprak telinden 6nce akim tasiyan teller gerdirilmis gibi OLMALIDIR.

®

DIiKKAT

Gug kablolari désenirken alinmasi gereken dnlemler:
N N
( [ ) eon O
v X X
= GUg terminal bloguna farkli kalinliktaki kablolar BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki
gevseklikler anormal isinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolari baglarken, yukaridaki sekilde gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gti¢ kablolarini kullanin ve bu kablolari saglam sekilde
baglayin ve ardindan terminal kartina harici basing uygulanmasini énlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak icin uygun bir tornavida kullanin. Kiglik bash bir
tornavida, vida basina zarar verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalari asiri sikilirsa kirilabilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Olasi karismalari 6nlemek igin, glic kablolarini televizyon ve radyolara en az 1 metre
uzaktan gecirin. Radyo dalgalarina bagl olarak, 1 metre mesafe vyeterli
OLMAYABILIR.

DIKKAT
YALNIZCA gli¢c kaynaginin trifaze olmasi ve kompresorde bir ACIK/KAPALI baslangic

yonteminin bulunmasi durumunda gecerlidir.

Uriin caligirken anlik bir kesintinin veya giiciin GIDIP GELMESININ ardindan ters fazin
devreye girmesi ihtimali varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriintin ters fazda calistirilmasi, kompresére ve diger pargalara zarar verebilir.

FDA200+250AXVEB | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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3 Ozel montor guvenlik talimatlar

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun.

Genel

UYARI
Kurulum, servis, bakim, onarim ve uygulamali malzemelerin Daikin talimatlarini

("Dokiimantasyon setinde" listelenen tim belgeler dahil) izlediginden ve ek olarak
ilgili mevzuata uygun oldugundan ve yalnizca kalifiye kisiler tarafindan yapildigindan
emin olun. Avrupa ve IEC standartlarinin uygulanacagi bolgelerde EN/IEC 60335-2-40
uygulanabilir standarttir.

Unite montaji (bkz. "16 Unite montaji" [» 48])

UYARI

R32 sogutucunun kullanildigl cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli
calisan tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazl cihaz veya calismakta
olan elektrikli isitict) bulunmayan iyi havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin
blyuklugu Genel giivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

iKAZ
Cihaz genel halkin erisimine acgik DEGILDIR. Kolay erisime karsi korunan, givenli bir

alana monte edin.

Bu Unite ticari ve hafif endUstriyel ortamda montaj icin uygundur.

UYARI

R32 sogutucu kullanan Uniteler icin gerekli havalandirma acikliklarinda engeller
bulunmamasinin saglanmasi gereklidir.

> B> P

Kanal montaji (bkz. "16.2.2 Kanal montaji sirasinda uyulacak esaslar" [» 51])

UYARI

Kanallara, faal atesleme kaynaklari (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gereg veya
calisan bir elektrikli 1sitict) monte ETMEYIN.

iKAZ

= Kanal montajinin, Unite igin harici statik basing ayar araligini ASMADIGINDAN
emin olun. Ayar araligi icin modelinizin teknik veri sayfasina bakin.

> B

= Kanvas kanali taktiginizdan emin olun, boylece titresimler kanal veya tavana
iletilmez. Kanalin kaplamasi icin bir ses emici malzeme (yalitim malzemesi)
kullanin ve aski civatalarina titresim yalitim lastigi uygulayin.

= Kaynak yaparken, tahliye kabina ya da hava filtresine sigcratmamaya dikkat edin.

= Metal kanal metal bir ¢ita, siva teli veya ahsap yapinin metal plakasindan gegerse,
kanali ve duvari elektriksel olarak ayirin.

= Cikis 1zgarasini hava akisinin insanlarla dogrudan temas etmeyecegi bir yere
yerlestirin.

Kanal icinde gugclendirici fanlar KULLANMAYIN. Fan hizi ayarini otomatik olarak
ayarlamak igin fonksiyonu kullanin (bkz. "20 Yapilandirma" [» 71]).

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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Sogutucu boru tesisati (bkz. "17 Boru tesisati" [» 55])

iKAZ
= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin. Sogutucu gaz kacaklarini 6nlemek
icin yeni havsalar kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa basli somunlari kullanin. Farkli havsa somunlarinin
kullanilmasi, sogutucu gaz kagaklarina neden olabilir.

iKAZ
Boru tesisati islemleri "17 Boru tesisati" [» 55] bolimundeki talimatlara uygun olarak

YAPILMALIDIR. Yalnizca en son 1ISO14903 sirtimiyle uyumlu mekanik baglantilar (6rn.
sert lehimleme+havsali baglantilar) kullanilabilir.

IKAZ
Sogutucu borusu veya bilesenleri, korozyona ugramaya dogal olarak direngli
malzemelerden yapilmis veya korozyona karsi uygun sekilde korunmus olmadikga,

sogutucu iceren bilesenlerin korozyona ugratilabilecegi herhangi bir maddeye maruz
kalmayacaklari bir konuma monte edin.

> B P

Elektrik tesisati (bkz. "18 Elektrikli bilesenler" [» 62])

UYARI
GUg besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.

UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve
ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tum elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI

= Gug¢ beslemesinde eksik veya yanlis bir N fazi varsa, cihaz arizalanabilir.

> PP

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin keskin
kenarlarla ve borularla, 6zellikle de yuksek basing tarafindaki borularla temas
etmemesine dikkat edin.

® Hasar gormus kablolari, uzatma kablolari veya yildiz sistemi baglantilarini
KULLANMAYIN. Aksi takdirde, asiri isinma, elektrik carpmalari veya yangin
meydana gelebilir.

= Bu Unitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz ilerletme kapasitori
kullanmayin. Faz ilerletme kapasitora performansi distrir ve kazalara yol agabilir.

UYARI
Asiri gerilim kategorisi Ill altinda tam ayirma saglayan, temas noktasi bosluklari

arasinda en az 3 mm olan tim kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI

Besleme kablosu zarar goriirse tehlikeye meydan vermemek igin imalatgl, onun servis
temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

A
A UYARI

Termal kesicinin yanlislikla sifirlanmasindan 6tiri  dogabilecek bir tehlikeden
kacinmak igin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamaldir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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4 Kullanicr gbvenlik talimatlari

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun

4.1 Genel

A

UYARI

Unitenin nasil calistirilmasi  gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, montériintize danisin.

A

UYARI

Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya
talimat saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklari
taktirde 8 yasinda ve daha biyUk ¢ocuklar ve distk fiziksel,
duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve
bilgiden yoksun kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan cocuklar
tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

UYARI

Elektrik carpmalarini veya yanginlari dnlemek icin:
= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi islak elle CALISTIRMAYIN.

= Unitenin  Gzerine KESINLIKLE su iceren bir cisim
koymayin.

IKAZ
= Unitenin (zerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE cikmayin, oturmayin ve
basmayin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

hd

Bunun anlami elektrikli ve elektronik UrlGnlerin ayriimamis evsel atiklarla
KARISTIRILAMAZ  olusudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye
CALISMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler yetkili montor tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri dénlstirme ve kazanim icin 6zel bir isleme
tesisinde ISLENMELIDIR. Bu riiniin dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak,
cevre ve insan sagligl icin olasi olumsuz sonuclarin dnlenmesine yardimci
olacaksiniz. Daha fazla bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

= Piller su simgelerle isaretlenir:

)4

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir.
Sembolin altina bir kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal sembolin anlami
piller belirli bir konsantrasyon Gzerinde agir metal iceriyor demektir.

Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Kullanilmis piller, yeniden kullanim icin 6zel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.
Atik pillerin dizgln bir bicimde bertaraf edilmesini saglayarak, cevre ve insan
sagligina olasi olumsuz etkilerin dnlenmesine yardimci olabilirsiniz.

4.2 Guvenliisletim icin talimatlar

é UYARI
= Yanlis s6kme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina vyol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, ¢iplak
alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun kendisi
tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A vyanici
olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede tutuskan
bir sogutucudur, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz Uretirler. Calistirmaya
tekrar baslamadan o6nce, her zaman kacak noktasinin
onarildigini veya duzeltildigini uzman personele teyit
ettirin.
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ﬁ IKAZ
= Kumandanin dahili parcalarina KESINLIKLE dokunmayin.

=On paneli SOKMEYIN. icerideki bazi parcalara

dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili parcalarin kontrol ve ayari icin saticiniza
basvurun.

UYARI
Bu Unite elektrikli ve sicak pargalar igerir.

UYARI

Uniteyi calistirmadan 6nce, montajin  bir montajci
tarafindan dogru bir sekilde gercgeklestirildiginden emin
olun.

IKAZ
Vicudunuzu uzun sdre hava akimina maruz birakmak
sagliga zararhdir.

IKAZ

Yakicili ekipmanlar sistemle ile birlikte kullaniliyorsa,
oksijen yetersizliginin dnline gecmek icin oday! yeterince
havalandirin.

IKAZ

TUtstUleme  tipi  bocek ilaci  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite icinde toplanabilir ve
kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye
atabilir.

IKAZ
Kicik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN
ve Unitenin yakininda sprey KULLANMAYIN. Bunun
yapilmasi bir yangina yol agabilir.

> B B B B PP
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4 | Kullanici gtivenlik talimatlari

é UYARI
R32 sogutucu kullanan Uniteler icin gerekli havalandirma
acikhklarinda  engeller  bulunmamasinin  saglanmasi
gereklidir.

Bakim ve servis (bkz. "10 Bakim ve servis" [» 33])

UYARI

Yanhs deterjanlar veya temizleme prosedirl plastik
bilesenlerde hasara veya su sizintisina neden olabilir.
Motorlar gibi elektrikli bilesenlere sicrayan deterjan
arizaya, dumana veya tutusmaya neden olabilir.

IKAZ: Fana dikkat edin!
Fan calisirken Unitede inceleme yapilmasi tehlikelidir.

Herhangi bir bakim gorevini yerine getirmeden once ana
salteri KAPATTIGINIZDAN emin olun.

IKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska

cisimler SOKMAYIN. Fan vyiksek devirde donduginde
yaralanmaya neden olur.

UYARI

Bir sigorta yandiginda, sigortayi yanhs amper degerindeki
bir sigorta veya diger tellerle DEGISTIRMEYIN. Tel veya
bakir tel kullaniimasi Unitenin bozulmasina ya da yangina
yol acabilir.

IKAZ
Uzun stre kullanimdan sonra Unite standi ve baglantisinda

hasar kontrolU gerceklestirin. Hasarli ise, Unite dUsebilir ve
yaralanmaya yol acabilir.

IKAZ
Terminal cihazlarina erisim saglamadan dnce, glgc girisini
kestiginizden emin olun.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Klimaylr veya hava filtresini temizlemek icin calismayi
durdurdugunuzdan  ve  tim  gi¢  beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir.

> B B B B B P
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4 | Kullanici giivenlik talimatlari

UYARI

Yuksek yerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

>

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Servis islemine baslamadan once, glc¢ beslemesini
10 dakikadan daha uzun bir stre kesin ve ana devre
kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki  gerilimi Olcln. Elektrikli bilesenlere
dokunulabilmesi icin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari
icin, servis ve bakim yapan kisilere yonelik uyari etiketine
bakin.

>

IKAZ
Hava filtresini ve hava cikisini temizlemeden 6nce Uniteyi

UYARI

ic Uniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elektrik carpmasi veya
yangin.

kapatin.

Sogutucu hakkinda (bkz. "10.5 Sogutucu hakkinda" [» 36])

‘@ UYARI: HAFiF YANICI MADDE

Bu Unitenin icindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise) orta
derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin dis
Unite spesifikasyonlarina bakin.

é UYARI

R32 sogutucunun kullanildigi cihaz, mekanik hasari
onleyecek sekilde ve surekli calisan tutusma kaynaklari
(6rnegin, acik alevler, calisan gazli cihaz veya calismakta
olan elektrikli 1sitici) bulunmayan iyi havalandirilan bir
odada saklanmalidir. Odanin buydkliglt Genel glvenlik

onlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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4 | Kullanici gtivenlik talimatlari

é UYARI

= Sogutucu  ¢evrimi  parcalarini DELMEYIN vya da
YAKMAYIN.
= Uretici  tarafindan  onerilenler  disinda  temizlik

malzemeleri veya buz ¢o6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat
edin.

é UYARI
= R410A vyanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif
derecede yanicidir; normal olarak kacak YAPMAZLAR.
Sogutucu odanin icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da
firin atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde)
veya zararli gaz olusumuna yol acabilir.

= Alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kacak yaptigl kisimdaki
onarimi yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

Sorun giderme (bkz. "11 Sorun giderme" [» 38])

é UYARI
Isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa
(yanik kokusu, vs.) glicli KAPATIN.

Boyle durumlarda Uniteyi calsir durumda birakmak
kirllmaya, elektrik carpmasina veya yangina yol acabilir.
Saticiniza bagvurun.

FDA200+250AXVEB
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5 Sistem hakkinda

UYARI
" Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol acgabileceginden,

kendi basiniza Unite Gzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, giplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A yanici
olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede tutuskan bir sogutucudur, ancak
fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz Uretirler. Calistirmaya tekrar baslamadan once,
her zaman kacak noktasinin onarildigini veya dizeltildigini uzman personele teyit
ettirin.

DIKKAT
Sistemi baska amaclar icin KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybini énlemek igin,

Uniteyi hassas cihazlar, gida, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
KULLANMAYIN.

DIKKAT
Sisteminizin ilerideki degisiklikleri veya genisletmeleri icin:

izin verilen kombinasyonlara tam bir genel bakis (ilerideki sistem genisletmeleri icin)
teknik muhendislik verilerinde bulunabilir ve basvurulmasi gerekir. Daha fazla bilgi ve
profesyonel 6neri almak icin montajciniza basvurun.

5.1 Sistem montaj plani

BiLGi

Asagidaki sekil sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

i @

a iclnite

b Dis Unite

¢ Kullanici arabirimi

d Emme havasl

e Tahliye havasi
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5 | Sistem hakkinda

f Sogutucu borulari + ara baglanti kablosu
g Drenaj borusu
h Toprak kablo baglantilari

5.2 Fan coil Uniteleriicin bilgi gereksinimleri

Oge Sembol Deger |Unite
Sogutma kapasitesi (duyulur) Prated,c A kw
Sogutma kapasitesi (gizli) Prated,c B kw
Isitma kapasitesi Pratedn C kw
Toplam elektrik glc girisi Poec D kW
Ses glicl seviyesi (sogutma) Lo E dB(A)
Ses glicl seviyesi (1sitma) Lo C dB(A)

iletisim detaylari:

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzen
Skvriany, Czech Republic

A B C D E C
FDA200 14,6 4,4 22,4 0,73 69 69
FDA250 16,6 54 24 0,79 71 71
FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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6 Kullanicr arabirimi

A

iKAZ
= Kumandanin dahili parcalarina KESINLIKLE dokunmayin.

= On paneli SOKMEYIN. icerideki bazi parcalara dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz
sorunlari meydana gelebilir. Dahili parcalarin kontrol ve ayari icin saticiniza
basvurun.

DIiKKAT

Kumandanin isletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren toz bezi, vs. ile SILMEYIN.
Panel rengini kaybedebilir ya da kaplamasi kalkabilir. Eger agir bicimde kirlenmisse,
suyla seyreltilmis noétral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip paneli silerek
temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

DIiKKAT

HICBIR ZAMAN kullanici arabirimi digmesine sert, sivri bir cisimle bastirmayin.
Kullanicr arabirimi zarar gorebilir.

®
®
®

DIiKKAT

HICBIR ZAMAN kullanicr arabiriminin elektrik kablosunu cekmeyin ya da bikmeyin.
Unitenin arizali calismasina neden olabilir.

Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici olmayan bir genel
aciklamasini sunar.

Kullanici arabirimi hakkinda daha fazla bilgi icin takili olan kullanici arabiriminin
kullanim kilavuzuna bakin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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7 lIsletim dncesinde

A

iIKAZ
Tum ilgili guvenlik talimatlarini  6grenmek icin bkz. "4 Kullanici glvenlik
talimatlan" [» 20].

®

DIiKKAT

Oda unitesinin altina nemden zarar gorebilecek maddeleri KOYMAYIN. Nem %80'in
Uzerinde ise, drenaj cikisi tikanmis veya filtre kirlenmisse yogusma olusabilir.

®

DIiKKAT

Gucun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompreséri korumak igin ¢alistirmadan
6 saat 6nce giicl ACIK konuma getirin.

Bu kullanim kilavuzu asagidaki standart kumandali sistemler icindir. Calistirmaya
baslamadan &nce, sizin sistem tip ve modelinize uyan isletim igin saticinizla temas
kurun. Sayet kurulumunuzda istege uyarlanmis bir kontrol sistemi mevcutsa,
saticinizdan sisteminize uyan isletimi isteyin.

FDA200+250AXVEB
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8 Isletim

8.1 Calisma araligi

BiLGi

isletim sinirlart icin bagli dis Ginitenin teknik verilerine bakin.

i @

8.2 lIsletim modlari hakkinda

. BiLGi

l Kurulu sisteme bagl olarak, bazi isletim modlari kullanilamaz.

= Oda sicakligina bagh olarak hava akis hizi kendini ayarlayabilir veya fan hemen
durabilir. Bu bir ariza degildir.

= isletim sirasinda ana glic beslemesi kesilirse, giic geri geldiginde isletim otomatik
olarak tekrar baslayacaktir.

= Ayar noktasi. Sogutma, Isitma ve Otomatik isletim modlari igin hedef sicaklik.

= Diigiik ayar. Sistem kapatildiginda oda sicakligini belirli bir aralikta tutan bir
islevdir (kullanici, program fonksiyonu veya KAPAMA zamanlayici tarafindan).

8.2.1 isletim isletim modlar

ic Unite cesitli isletim modlarinda calisabilir.

Simge isletim modu
Sogutma. Bu modda sogutma, ayar noktasi veya gerileme
isletiminin gerektirdigi gibi etkinlestirilir.

Isitma. Bu modda i1sitma, ayar noktasi veya gerileme isletiminin
S

gerektirdigi gibi etkinlestirilir.

Yalniz fan. Bu modda, hava sirkllasyonu sogutma veya Isitma
olmaksizin yapilhr.

-

17,

Otomatik. Otomatik modda, i¢ Unite ayar noktasina gore isitma
ve sogutma modu arasinda otomatik olarak gecis yapar.

)

—
s,
o

~
-

!
ol
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8.2.2 Ozel isitma isletim modlari

isletim Tanim
Buz ¢6zme Dis Unitede biriken don ylzinden i1sitma kapasitesindeki kaybi
onlemek icin sistem otomatik olarak buz ¢cozme isletimine
gececektir.

Buz cozme isletimi sirasinda, i¢ Unite fani calismayi durduracak
ve ana ekranda asagidaki simge gorinecektir:

/8%

Sistem yaklasik 6 ila 8 dakika sonra normal isletime devam
edecektir.

Sicak baslangi¢ |Sicak baslangic sirasinda, i¢ Unite fani calismayi durduracak ve
ana ekranda asagidaki simge gorinecektir:

S/0A

8.3 Sistemi calistirmak icin

BILGI
isletim modunun ayarinin veya diger ayarlarin yapiimasi icin kullanici arayizinin
referans kilavuzuna veya kullanim kilavuzuna bakin.

i @
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9 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

iKAZ
Kuiclik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN hava akisina dogrudan maruz

birakmayin.

DIiKKAT

Unitenin altina ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Unite veya sogutucu
borularindaki yogusma veya drenajin tikanmasi damlamaya neden olabilir. Olasi
sonug: Unitenin altindaki nesneler kirlenebilir veya zarar gérebilir.

KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol agabilir.

UYARI

R32 sogutucu kullanan Uniteler icin gerekli havalandirma acikliklarinda engeller
bulunmamasinin saglanmasi gereklidir.

UYARI
Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN ve Unitenin yakininda sprey

Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak icin asagidaki dnlemlere uyun.

Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya gineslikler kullanarak odaya direk
glines 15181 girisini 6nleyin.

llgili alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma acikliklarini
KAPATMAYIN.

Sik stk havalandirin. Uzun sireli kullanim havalandirmaya 6zel énem verilmesini
gerektirir.

Kapi ve pencereleri kapall tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa, hava odanizdan
disari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin azalmasina neden olacaktir.

Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu icin
sicaklik ayarini orta kararda tutun.

HICBIR ZAMAN (nitenin hava girisi veya hava cikisi yakinina cisimler
yerlestirmeyin. Bunu yapmak, i1sitma/sogutma etkisini azaltabilir veya isletimi
durdurabilir.

Unite uzun sire KULLANILMADIGINDA, (niteye gelen tim ana gic giris
anahtarlarini kapatin. Ana glc kaynagl anahtarlarindan herhangi biri agiksa, Unite
elektrik harcar. Uniteyi yeniden baslatmadan 6nce, diizgiin c¢alismayi
garantilemek icin tim ana glc girisi anahtarlarini isletimden 6 saat dnce agin.

Ekran (hava filtresini temizleme zamani) gosterdiginde, filtreleri temizleyin
(bkz. "10.2.1 Hava filtresini temizlemek icin" [» 34]).
Nem %80'in Uzerinde veya drenaj ¢ikisi tikanmissa yogusma olusabilir.

Konforlu bir ortam icin oda sicakligini dogru bir sekilde ayarlayin. Asiri isitma veya
sogutmadan kacinin. Oda sicakhiginin ayar sicakligina gelmesinin biraz zaman
alabilecegine dikkat edin. Zamanlayici ayar segeneklerini kullanmayi deneyin.

Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini 6nlemek icin hava akis
yonunU ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi sirasinda yukari, isitma isletimi
sirasinda ise asagl dogru.)

Oda sakinlerine dogrudan hava akisi yapmaktan kaginin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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10 Bakim ve servis

Urlintn émri 10 yildir.

TUum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi

yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer almaktadir.

Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanhk tarafindan olusturulan Servis Bilgi

Sisteminde yer almaktadir.

10.1 Bakim ve servis icin onlemler

iKAZ
Tum ilgili guvenlik talimatlarini  6grenmek icin bkz. "4 Kullanic

talimatlan" [» 20].

glvenlik

DIKKAT
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini 6neririz. Ancak, yurirlikteki mevzuat daha kisa

bakim araliklari gerektirebilir.

DIKKAT
* Kumandanin isletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren toz bezi, vs. ile

SILMEYIN. Panel rengini kaybedebilir ya da kaplamasi kalkabilir. Eger agir bicimde
kirlenmisse, suyla seyreltilmis notral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip paneli

silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

* 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi

ve deformasyon.
= Parlatma bilesimi KULLANMAYIN.

® Ovma firgasi KULLANMAYIN. Olasi sonug: Yizey kaplamasi soyulur.

= Son kullanici olarak, Unitenin i¢ kisimlarini ASLA kendiniz temizleyemez,
inceleyemez veya servise alamazsiniz; bu isin kalifiye bir servis elemani tarafindan
yapilmasi gerekir. Saticiniza basvurun. Ancak, son kullanici olarak hava filtresini ve

hava gikisini temizleyebilirsiniz.

ic Unitede asagidaki semboller bulunabilir:

Sembol Agiklama

Servis islemine baslamadan 6nce ana devre kapasitorlerinin veya
elektrikli bilesenlerin terminalleri arasindaki gerilimi 6l¢n.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

> g4

Servis islemine baslamadan 6nce, gli¢c beslemesini 10 dakikadan daha uzun bir sire

kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri arasindaki
gerilimi 6lgtn. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi icin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari igin, servis ve bakim yapan

kisilere yonelik uyari etiketine bakin.

FDA200+250AXVEB
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Artik gerilim 6lgme noktalari (C-, C+)
Baski devre karti
¢ Kumanda kutusu

T o

10.2 Hava filtresi ve hava cikisini temizleme

iKAZ
Hava filtresini ve hava cikisini temizlemeden 6nce Uniteyi kapatin.

DIKKAT
® Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bocek ilaci KULLANMAYIN. Olasi

sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

® 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi
ve deformasyon.

10.2.1 Hava filtresini temizlemek igin

Hava filtresi ne zaman temizlenmeli:

= Pratik yontem: 6 ayda bir temizleyin. Oda icindeki hava asiri kirli ise, temizleme
sikhgini artirin.

= Ayarlara bagh olarak, kullanici arabirimi "Hava filtresi temizleme zaman"
bildirimini gorintileyebilir.  Bildirim  goértnttlendigi zaman hava filtresini
temizleyin.

= Kiri temizlemek miumkin degilse, hava filtresini degistirin.
Hava filtresi nasil temizlenir:

1 Tornavida ile filtre kapagindaki vidalari sokun.

-
2 Hava filtresini yavasca disari ¢cekin (3 esit parcadan olusur).

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
Split sistem klimalar

34 4P580572-1B —2024.07



10 | Bakim ve servis

S i, ,
4'4"4',"1,{':, '0?4\ V
7, ,"I""I{:iiz',’ "IJZ‘ 4
LA LR
TR 2ol
T ol [
it | VW sttt b
202000, 1 S0y, 0000000000y 0y 00
7050000000y 2, 10,000,000,000 01007
0ttty A ,;:,;;:z;::/l,,{(
A
4 it

1,
7
NSt
2 R

L RS
o0 ety e

QA%

20,0000,

"%

iz

10200,
LI

:{',{{‘"'

i,
TR
TR R
AR, ‘l/‘t,,",,‘l,ﬁ
oo oot ogltoglts,
00000 e gt

100000, 0100100,
R R R R
0101000 0 000 00 0 N Ay,
:l 00,0, " i ",/l,,;',,
)/ &
RALALS

3 Hava filtresini temizleyin. Elektrikli stptrge kullanin veya suyla yikayin. Hava
filtresi cok kirli ise, yumusak bir firca ve notral deterjan kullanin.

4 Hava filtresini golgede kurutun.

Hava filtresini yerine tekrar takin. Hava filtresinin ilk parcasini kismen yerine
takin, hava filtresinin orta kismini ilk parcayla hizalayin ve filtre parcalarini
birbirine kilitlemek icin 2 klipsi yerine bastirin. Filtrenin son parcasi icin
prosedurd tekrarlayin.

6 Filtre kapagini geri takin. Filtre kapagini vidalarla sabitleyin.

GUclU ACIK konuma getirin.

Uyari ekranlarini kaldirmak icin kullanici arayizinln referans kilavuzuna bakin.

10.2.2 Hava cikisini temizlemek igin

UYARI
ic tiniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elektrik carpmasi veya yangin.

Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya notral deterjan
kullanin.

10.3 Uzun bir durma doneminden 6nce bakim

Ornegin, sezon sonunda.

= Unitelerin icinin kurutulmasi icin ic Uniteleri yaklasik yarm giin yalniz fan
isletiminde calistirin.

= Enerjiyi kesin. Kullanici arabirim ekrani kaybolur. Ana glc¢ acildiginda, klima
calismasa bile bir miktar elektrik tiketimi olur.
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= ¢ Unitenin hava filtresini ve muhafazasini temizleyin (bkz. "10.2 Hava filtresi ve
hava cikisini temizleme" [» 34]). Temizlenen hava filtrelerinin ayni yerlerine geri
takildigindan emin olun.

= Pilleri kullanici araylzinden cikarin (varsa).

10.4 Uzun bir durma doneminden sonra bakim

Ornegin, sezon basinda.

= ¢ Unitelerin ve dis Unitelerin giris ve cikis hava deliklerini tikamasi muhtemel her
seyi kontrol edin ve cikarin.

= Topraklamanin diizglin baglanmis olup olmadigini kontrol edin.

Bir yerde kopuk kablo olup olmadigini kontrol edin. Sorunlar olmasi halinde
saticiniza basvurun.

ic Gnitenin hava filtresini ve muhafazasini temizleyin (bkz. "10.2 Hava filtresi ve
hava cikisini temizleme" [» 34]). Temizlenen hava filtrelerinin ayni yerlerine geri
takildigindan emin olun.

= Daha dizgiln calismasini saglamak icin sistemi calistirmadan en az 6 saat 6nce
glcl acin. Gig acilir aciimaz kullanicr arabirim ekrani gelir.

Pilleri kullanici araytzine takin (uygunsa).

10.5 Sogutucu hakkinda

Bu Urlin florlu sera gazlari icerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32

Kiresel 1Isinma potansiyel (GWP) degeri: 675

Sogutucu akiskan tipi: R410A

Kiresel 1Isinma potansiyeli (GWP) degeri: 2087,5

DIiKKAT
Florlu sera gazlari ile ilgili olarak yUrurlikte olan mevzuat, Unitenin sogutucu akiskan

sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak gésterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi icin kullanilacak formiil: Sogutucu
akiskanin GWP degeri x toplam sogutucu akiskan sarji [kg]/1000

Daha fazla bilgi igcin montorindzle iletisime gegin.

@ UYARI: HAFiF YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise) orta derecede tutuskandir.

Kullanilacak sogutucu tipi icin dis Unite spesifikasyonlarina bakin.
UYARI

R32 sogutucunun kullanildigl cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli
calisan tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazl cihaz veya calismakta
olan elektrikli isitict) bulunmayan iyi havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin
blyuklugu Genel giivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI
® R410A yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede yanicidir; normal

olarak kagak YAPMAZLAR. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya
da firin atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde) veya zararl gaz
olusumuna yol agabilir.

= Alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi aldiginiz saticiyla
temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kacak yaptigl kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar tniteyi KULLANMAYIN.
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11 Sorun giderme

Asagidaki arizalardan biri meydana geldiginde asagida gosterilen 6nlemleri alin ve
saticinizla temas kurun.

UYARI
isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa (yanik kokusu, vs.) giicii
KAPATIN.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak kirilmaya, elektrik ¢arpmasina
veya yangina yol acabilir. Saticiniza basvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza Onlem

Sigorta, devre kesici veya artik akim cihazi gibi Uniteye gelen tiim ana glic

bir emniyet cihazi sik sik devreye girdiginde veya | beslemesi anahtarlarini KAPALI

ACMA/KAPAMA anahtari diizglin konuma getirin.

CALISMADIGINDA.

Uniteden su siziyorsa. Calismayi durdurun.

isletim digmesi diizgin CALISMIYOR. Glc beslemesini KAPATIN.

Kullanici araylzi M gosteriyorsa. Montajciniza haber verin ve
hata kodunu bildirin. Bir hata
kodunu gorintilemek icin
kullanicr araytzinin referans
kilavuzuna bakin.

Yukarida bahsedilen durumlar disinda sistem dogru calismiyor ve vyukarida
bahsedilen hicbir ariza YOKSA, asagidaki prosedurlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hig calismiyorsa. = Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. isletim sirasinda
elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden calisir.

= Sigortalarin yanik olmadigini veya kesicilerin
devreye girmedigini kontrol edin. Gerekirse
sigortayi degistirin veya kesiciyi sifirlayin.

isletime basladiktan hemen |= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir

sonra sistem calismayi engelle tikanmis olmadigini kontrol edin. Engelleri
durduruyor. kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

= Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin
(bkz.  "10.2.1  Hava filtresini  temizlemek
icin" [» 34]).
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Anza Onlem
Sistem calisiyor ancak = Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
sogutma veya Isitma engelle tikanmis olmadigini kontrol edin. Engelleri
yetersiz. kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

= Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin
(bkz.  "10.2.1 Hava filtresini  temizlemek
icin" [» 34]).

= Sicaklik ayarini kontrol edin. Kullanici arabiriminin
kilavuzuna bakin.

= Fanin disltk hiz ayarinda olup olmadigini kontrol
edin. Kullanicr arabiriminin kilavuzuna bakin.

= Hava akis yonunin dogru olup olmadigini kontrol
edin. Kullanici arabiriminin kilavuzuna bakin.

= Acik kapr veya pencereler var mi kontrol edin.
Rlzgarin iceri girmesini onlemek icin kapilari ve
pencereleri kapatin.

= QOdaya direk glines isiginin girip girmedigini kontrol
edin. Perdeler veya giineslikler kullanin.
= Sogutma isletimi sirasinda odada c¢ok fazla insan

olup olmadigini kontrol edin. Odanin isi kaynaginin
asiri olup olmadigini kontrol edin.

= Odanin 1s1 kaynagl asiri oldugunda (sogutma
sirasinda). Odanin 1si kazanci ¢cok biyikse sogutma

etkisi azalir.
isletim aniden duruyor. = Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin
(calisma lambasi yanip (bkz.  "10.2.1  Hava filtresini  temizlemek
sondyor.) icin" [» 34]).

= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
engelle tikanmis olmadigini kontrol edin. Engelleri
kaldirin, kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna
getirin. Lamba hala yanip soénlyorsa, saticinizi

arayin.
Isletim sirasinda anormal = Simsek cakmasi veya radyo dalgalari nedeniyle
bir calisma meydana Unitede islev bozuklugu olusabilir. Kesiciyi OFF ve
geliyor. tekrar ON konumuna getirin.

Yukaridaki maddelerin  tamamini  kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin tam model
ismini (mimkdnse imalat numarasi ile birlikte) bildirin.

11.1 Sistem arizast OLMAYAN belirtiler

Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

11.1.1 Belirti: Sistem calismiyor

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA diUgmesine basildiktan hemen sonra
klima calismiyor. isletim lambasi vyaniyorsa, sistem normal durumdadir.
Kompresor motorunun asiri yiklenmesini onlemek icin, kapatildiktan hemen
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11.1.2

11.1.3

1114

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

sonra tekrar acilirsa klima 5 dakika sonra calismaya baslar. Ayni baslangic
gecikmesi, isletim modu secici digmesi kullanildiktan sonra da olur.

= GU¢ beslemesi acildiktan hemen sonra sistem calismaya baslamiyor.
Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar bir dakika bekleyin.

Belirti: Bir tiniteden (ic Uinite) beyaz bugu cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem ylksek oldugunda. Bir i¢ Unitenin ici cok
kirlenmisse, oda icindeki sicaklik dagilimi esit olmaz. ic Unitenin icinin
temizlenmesi gerekir. Unitenin temizlenmesi Uzerine ayrintilar icin saticiniza
danisin. Bu islem yetkili bir servis gorevlisi tarafindan yapiimalidir.

= Sogutma isletimi durduktan hemen sonra ve oda sicakligi ve nemi dusikse. Sicak
sogutma gazinin i¢ Unitenin icine geri akmasindan ve buhar olusturmasindandir.

Belirti: Bir Giniteden (ic Unite, dis Unite) beyaz bugu cikiyor

Buz ¢dzme isleminden sonra sistem isitma isletimine gecis yaptirildiginda. Buz
¢dzme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

Belirti: Kullanicr arabirimi Gzerinde "U4" veya "U5" gérintUlenir ve ¢alisma durur ancak
ardindan birkac dakika sonra tekrar baslar

Bunun nedeni, kullanici arabiriminin klima disindaki elektrik gereclerinden girdlti
yakalamasidir. Gurultt Uniteler arasindaki iletisimi onler, durmalarina sebep olur.
GUraltd sinyali kayboldugunda calisma otomatik olarak tekrar baslar. Glcln
sifirlanmasi bu hatanin giderilmesine yardimci olabilir.

Belirti: Klimalarin gurdiltisi (i¢ Unite)

= Isitma isletiminden sonra sistem durdugunda "pishi-pishi" gicirti sesi duyulur.
Sicaklik degisikliginin sebep oldugu, plastik parcalarin genlesmesi ve ¢ekilmesi bu
sesi cikarir.

Belirti: Klimalarin giriltisi (ic Gnite, dis Ginite)

= Sistem sogutmada veya buz ¢ézme isleminde iken strekli bir islk sesi duyulur. Bu,
hem ic hem de dis UGinite icinde akan sogutucu gazin sesidir.

= Baslangicta veya isletimin durdurulmasindan veya buz ¢cézme isleminden hemen
sonra duyulan bir i1shk sesi. Akis durmasi veya akis degismesinin sebep oldugu
sogutucu sesidir.
Belirti: Uniteden toz cikiyor
Uzun bir sire boyunca unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin icine toz
girmesindendir.
Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu yeniden yayabilir.
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12 Yer degistirme

TUm Unitenin sokilmesi ve yeniden kurulmasi icin saticinizla temas kurun.
Unitelerin tasinmasi teknik uzmanlk gerektirir.
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13 Bertaraf

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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14 Kutu hakkinda

Asagidakileri akilda tutun:

= Teslim sirasinda, Unitede hasar ve eksiklik olup olmadigi kontrol EDILMELIDIR.

Tespit edilen hasarlar veya eksik parcalar derhal tasimacinin hasar servis
yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mimkidn oldugunca nihai
montaj konumuna getirene kadar ambalajindan ¢ikarmayin.

= Uniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediginiz yolu énceden
hazirlayin.

= Uniteyi tasirken asagidakileri dikkate alin:
|1| Kolay kirilir, Gniteyi dikkatli tasiyin.

Hasara meydan vermemek icin dniteyi dik tutun.

14.1 ¢ Unite

@ UYARI: HAFiF YANICI MADDE
Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise) orta derecede tutuskandir.

Kullanilacak sogutucu tipi icin dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

14.1.1 Uniteyi ambalajindan ¢ikarmak ve tasimak icin

Unitenin hasar gérmesini veya cizilmesini 6nlemek icin Gniteyi kaldirirken yumusak
malzemeden sapan veya bir halatla birlikte koruyucu levhalar kullanin.

1 Aski kelepgelerinden tutarak ve diger parcgalar, Ozellikle sogutucu borulari,
drenaj borulari ve diger resin parcalar tzerine herhangi bir baski uygulamadan
Uniteyi kaldirin,

\%
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14.1.2 Aksesuarlarii¢ Gniteden sokmek icin

1 Aksesuarlari Unitenin yanindan cikartin. Hava cikis flansi ic Unitenin altina
yerlestirilmistir.

Montaj ve kullanim kilavuzu

Genel guvenlik onlemleri

Aski demiri rondelalari

Kanal flanslari icin vidalar (M5x12)
Altigen baslh civata (M10x40)
Contalr ilistirilmis borular

Baglama sarimi

Yaylh pul

Hava cikis flansi (i¢ Gnitenin altinda)

- 30 -~ QO n T QO
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15 Uniteler ve secenekler hakkinda

Bu bolimde

15.1
15.2

15.3
15.4

15.1 Kimlik

KGR bbbttt 46
1511 TanIM @HKELI: I UNITE w.viviieeceeceecseeet e 46
i¢ Unite hakkinda 46
SISTEM MONTAJ PIANT .1ttt ettt ettt s ke s bt s e s bt s et ese b es s e st es et es et ene e eene 46
Unitelerin KombinasyonUu Ve SECENEKIET ..............co.cviiiieieieceiee ettt 47
15.4.1 G UNItEIGIN 01aSI SECENEKIET ... .....veeeceeeeeee oo 47

DIKKAT
Birka¢c Unitenin montaj veya servis calismalarini ayni anda yurutirken, farkl

modellerin servis panellerini birbirine KARISTIRMADIGINIZDAN emin olun.

15.1.1 Tanim etiketi: ic Unite

Konum

15.2 ¢ Unite hakkinda

BiLGi

isletim sinirlar icin bagli dis Ginitenin teknik verilerine bakin.

i @

15.3 Sistem montaj plani

BILGI
Asagidaki sekil sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

i @

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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ic Unite

Dis Unite

Kullanicr arabirimi

Emme havasi

Tahliye havasi

Sogutucu borulari + ara baglanti kablosu
Drenaj borusu

Toprak kablo baglantilari

S0 -~n® Qn T O

15.4 Unitelerin kombinasyonu ve secenekler

BILGI
Belirli secenekler tlkenizde hentiz mevcut OLMAYABILIR.

i @

15.4.1 ic unite icin olasi secenekler

Asagidaki zorunlu opsiyonlara sahip oldugunuzdan emin olun:

= Kullanici arabirimi: Kablolu veya kablosuz (uygun bir uzaktan kumanda secmek
icin kataloglara ve teknik dokiimanlara bakin)

. BILGI
l Tum olasi opsiyonlar i¢ Gnitenin opsiyon listesinde belirtilmistir. Bir opsiyon hakkinda
daha fazla bilgi igin, opsiyonun montaj ve kullanim kilavuzuna bakin.

FDA200+250AXVEB
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16 Unite montaji

Bu bolimde
16.1  MoONta] SANASININ NAZITIANMEST ...ttt ettt ettt ettt ettt s et es et e stk s et es et es et et eens 48
16.1.1 g Uinite montaj sahasi gereksinimler 48
16.2 1G UNITENIN MONTAJI..viieieieeece ettt 50
16.2.1 ¢ Gnitenin montaji sirasinda UyUlacak @SaSIar ..........c..ooviviereeeeeeeeeeeeeee e 50
16.2.2  Kanal montaji sirasinda UyUlacak @SaSIar.........ccviiiiiiiiiiiiece e 51
16.2.3  Drenaj borusu montaji sirasinda uyulacak @Sas|ar ..........oc.oiiiiiiiiiiiecee e 53

16.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

UYARI
R32 sogutucunun kullanildigi cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli

calisan tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazl cihaz veya calismakta
olan elektrikli isitict) bulunmayan iyi havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin
blyuklagu Genel glivenlik dnlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

Unitenin rahatca iceri ve disari tasinmasina izin veren bir bosluga sahip montaj
konumu segin.

Uniteyi siklikla calisma alani olarak kullanilan yerlere monte ETMEYIN. Cok toz
clkaran insaat isleri (6rn. taslama isleri) yapilmasi halinde Unitenin Gzeri
ORTULMELIDIR.

16.1.1 g Gnite montaj sahasi gereksinimleri

° BiLGi

l Ayrica genel montaj yeri gereksinimlerini de okuyun. "2 Genel glvenlik
onlemleri" [» 7] bolimine bakin.

. BILGI
l Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

IKAZ
Cihaz genel halkin erisimine acik DEGILDIR. Kolay erisime karsi korunan, giivenli bir
alana monte edin.

UYARI

R32 sogutucu kullanan Uniteler icin gerekli havalandirma acikliklarinda engeller
bulunmamasinin saglanmasi gereklidir.

Bu Unite ticari, hafif endUstriyel, ev ve konut ortaminda montaj icin uygundur.
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DIKKAT
Bu kilavuzda tanimlanan ekipman, radyo frekans enerjisinden Uretilen elektronik

glrlltiye neden olabilir. Ekipman, bu tdr girisime karsi yeterli koruma saglamak
Uzere tasarlanmis olan spesifikasyonlara uymaktadir. Bununla birlikte, belirli bir
montajda girisim OLUSMAYACAGI garanti edilemez.

Bu nedenle ekipmanin ve elektrik kablolarinin  mdzik setlerinden, kisisel
bilgisayarlardan, vs. uygun mesafeyi koruyacak sekilde uzakta monte edilmesi
onerilir.

Zayif alis bolgelerinde diger ekipmanlarin elektromanyetik etkilesiminden kaginmak
icin 3 m veya daha fazla mesafe birakin bunun yani sira glic ve ara baglanti hatlari icin
kablo borulari kullanin.

Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:

= Atmosferde mineral yag bugusu, spreyi veya buharinin bulunabilecegi yerler.
Plastik parcalar bozulabilir ve disebilir veya su sizintisina neden olabilir.

Unitenin kullanim émriini kisaltacagindan, (nitenin su alanlara monte edilmesi
ONERILMEZ:

= Gerilim dalgalanmalarinin yiksek oldugu yerler
= Araclarda veya gemilerde
= Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

= Bir su kacagl durumunda, montaj mahalli ve cevresinde herhangi bir zarar
olusmamasini saglayin.

= Calisma sesinin veya Uniteden c¢ikan sicak/soguk havanin kimseyi rahatsiz
etmeyecegi bir yer secin; konum gecerli mevzuata uygun secilmelidir.

= Drenaj. Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun.

= Tavan yalitimi. Tavandaki kosullar 30°C ve %80 bagil nemi astiginda veya tavana
taze hava girdiginde, ek izolasyon gereklidir (minimum 10 mm kalinlik, polietilen
kopuk).

= Koruyucu mahfazalar. Birilerinin fan kanatlarina veya isi esanjorine dokunmasini
onlemek icin emme ve tahliye tarafina koruyucu mahfazalarin takildigindan emin
olun.

= Aralik birakma. Asagidaki gereksinimlere dikkat edin:

¢ 2650
o
~| o
32
TN
[}
o
o
[se}
Al
<
b
| (mm)
A Zemine minimum mesafe: Kazaen dokunulmasini 6nlemek i¢in 2,5 m
a Tavan
b Zemin ylzeyi
¢ Bakimalani
d Montaj igin minimum gerekli alan
e Drenajicin 1/100 asagi egime olanak saglamak igin minimum alan
= Tahliye 1zgarasi. Bosaltma izgarasinin minimum gereksinim montaj yuksekligi
>1,8 m.
FDA200+250AXVEB | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Servis alani ve tavan deligi boyutlari

Bakim ve servis icin yeterli aciklik saglayacak sekilde tavan deliginin yeterince blyuk
oldugundan emin olun.

Ustten goriiniim:

a 1100
—_— —_— o
()
| 3
©
T
2 o
x - 2
e > +
A
b 21143 (mm)

a Tavan deligi
b Servis alani
¢ Kontrol kapagi (600x600 mm)

BILGI
Bazi opsiyonlar ek servis alani gerektirebilir. Kurulumdan once kullanilan opsiyonun
montaj kilavuzuna bakiniz.

i @

16.2 ¢ Unitenin montaji

16.2.1 ¢ Gnitenin montaji sirasinda uyulacak esaslar

= Tavan mukavemeti. Tavanin Unite agirhgini destekleyecek kadar glgli olup
olmadigini kontrol edin. Herhangi bir risk varsa, Uniteyi monte etmeden 6nce
tavani gtclendirin.

- Mevcut tavanlar igin ankrajlar kullanin.

- Yeni tavanlar icin gdmuld vidalama parcgasi, gdmuli dibel ya da sahadan temin
edilen baska parcalar kullanin.

Dubel

Tavan tabliyesi

Uzun somun veya germe donanimi

Aski civatasi

ic Unite

= Aski civatalari. Montaj icin M10 aski civatalari kullanin. Aski mesnedini aski
civatasina gecirin. Bir pul ve somun kullanarak aski mesnedinin altindan ve

Gstlnden siki bir sekilde tespit edin.

o QO n T O

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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e 1028

x r

e 1526

g

Somun (sahadan temin edilir)

Pul (aksesuarlar)

Aski mesnedi

Cift somun (sahadan temin edilir)
Aski civatasi araligl

D QO n T O

= Uniteyi gegici olarak monte edin.
1 Aski mesnedini aski civatasina gecirin.
2 Sikica tespit edin.

= Seviye. Su terazisi veya ici su doldurulmus bir vinil tip kullanarak Unitenin dort
kdsesinde de diz seviyede oldugundan emin olun.

a Suterazisi
b Vinil boru

3 Ust somunu sikin.

DIiKKAT
Uniteyi egik monte ETMEYIN. Olasi sonug: Unite yogusma akisina karsi yatirilirsa

(drenaj borusu tarafi yukseltilirse), samandira anahtari arizalanarak su damlamasina
neden olabilir.

BILGI
istege bagl ekipmanlar. Opsiyonel ekipmanlari monte ederken, opsiyonel ekipmanin

montaj kilavuzunu da okuyun. Saha kosullarina bagh olarak, ilk 6nce opsiyonel
ekipmani monte etmek daha kolay olabilir.

i @

16.2.2 Kanal montaji sirasinda uyulacak esaslar

UYARI
Kanallara, faal atesleme kaynaklari (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gerec veya

calisan bir elektrikli 1sitict) monte ETMEYIN.

FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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iKAZ

A"

Kanal montajinin, Gnite icin harici statik basing ayar araligini ASMADIGINDAN
emin olun. Ayar araligi icin modelinizin teknik veri sayfasina bakin.

Kanvas kanali taktiginizdan emin olun, bdylece titresimler kanal veya tavana
iletiimez. Kanalin kaplamasi igin bir ses emici malzeme (yalitim malzemesi)
kullanin ve aski civatalarina titresim yalitim lastigi uygulayin.

Kaynak yaparken, tahliye kabina ya da hava filtresine sicratmamaya dikkat edin.

Metal kanal metal bir ¢ita, siva teli veya ahsap yapinin metal plakasindan gegerse,
kanali ve duvari elektriksel olarak ayirin.

Cikis 1zgarasini hava akisinin insanlarla dogrudan temas etmeyecegi bir yere
yerlestirin.

Kanal icinde glglendirici fanlar KULLANMAYIN. Fan hizi ayarini otomatik olarak
ayarlamak icin fonksiyonu kullanin (bkz. "20 Yapilandirma" [» 71]).

Kanallar sahadan temin edilecektir.

N OO o1 A WIN R

-0 Q. n T O

Hava girisi

Hava cikisi

Kanal flanslari igin vidalar
Hava cikis flansi

Hava giris flansi

Tasima muhafaza kapagi

Hava cikis flansini tasima muhafaza kapagindan cikarin.

Hava cikis flansini hareket ettirip hava cikis tarafina takin.

Hava cikis flansini 34 adet kanal flans vidasiyla (aksesuar) sabitleyin.

Hava giris flansini kalan 15 adet kanal flans vidasiyla (aksesuar) sabitleyin.

Kanvas kanali, her iki taraftaki flansin icine baglayin.

Kanali, her iki tarafta kanvas kanala baglayin.

Flanslar ve kanal baglantilarinin etrafina aliminyum bant sarin. Baska hicbir
baglantida hava kacaklari olmadigindan emin olun.

Yogusma suyu olusumunu 6nlemek icin kanallari yalitin. 25 mm kalinliginda
cam yinu veya polietilen képuk kullanin.

D QO n T O

Kanal flanslariigin vidalar (aksesuar)
Flans (Unitede bulunur)

Ana Unite

Yalitim (sahadan temin edilir)
Kanvas kanal (sahadan temin edilir)

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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f Aliminyum bant (sahadan temin edilir)

Filtre. Hava giris tarafindaki hava gecisinin icine bir hava filtresi taktiginizdan
emin olun. Toz toplama verimi >%50 (gravimetrik yontem) olan bir hava filtresi
kullanin. Giris kanali takildigi zaman verilen filtre kullaniimaz.

16.2.3 Drenaj borusu montaji sirasinda uyulacak esaslar

Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun. Bu sunlari kapsar:

Genel esaslar

Genel esaslar
Drenaj borularinin i¢c Uniteye baglanmasi

Su kacaklarini kontrol edilmesi

Boru uzunlugu. Drenaj borusunu mimkun oldugunca kisa tutun.

Boru ebadi. Boru 6lcisini baglanti borusunun 0lgisi (25 mm nominal cap ve
32 mm dis capinda vinil boru) ile ayni veya ondan daha blyuk tutun.

Egim. Havanin borularin icinde hapsolmamasi igin drenaj borusunun asagi dogru
egimli (en az 1/100) olmasini saglayin. Gosterildigi gibi aski cubuklari kullanin.

v/ X
L e

a Aski demiri
' izin verilir
X lzin veriimez

Yogusma. Yogusmaya karsl dnlemleri alin. Bina icindeki tim drenaj borularini
yalitin.

Drenaj borularinin kombinasyonu. Drenaj borularinin  kombine edilmesi
mumkindir. Unitelerin isletim kapasitesine uygun boyutta drenaj borulari ve T-
baglantilari kullanin.

2100

a T-baglantisi

Drenaj borularini ig liniteye baglamak igin

DIKKAT
Drenaj hortumunun hatali baglantisi kacaklara ve montaj alani ile cevresinde hasara

neden olabilir.

a Drenaj borusu baglantisi
b Sogutucu borulari

FDA200+250AXVEB
Split sistem klimalar
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Drenaj borusu baglantisi

1
2
3

Drenaj tapasini gikarin.

Drenaj hortumunun adaptorini takin (sahadan temin edilir).

Drenaj hortumunu, drenaj hortumu adaptérindn Gzerine mimkin oldugunca
itin.

Vida basl metal kelepce kismindan 4 mm'den az mesafede oluncaya kadar
metal kelepceyi sikin.

Su kacaklarini kontrol edin (bkz. "Su kacaklarini kontrol etmek icin" [» 54]).

Yalitim parcasini takin (drenaj borusu).
a b c d

e
' _— |
/

il

ic Unite

BSP 1" i¢ dis

Adaptor (sahadan temin edilir)

Metal kelepce (sahadan temin edilir)

Drenaj borusu icin yalitim malzemesi (sahadan temin edilir)

oD QO n T O

Su kagaklarini kontrol etmek igin

Drenaj tavasina yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve su kacaklarini kontrol edin.

Su ile konteyner
Drenaj tavasl
Drenaj cikisl
Sogutucu borular

Qo T O

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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17 Boru tesisatl
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17.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi

17.1.1 Sogutucu boru gereksinimleri

iKAZ
Boru tesisati islemleri "17 Boru tesisati" [» 55] bolumundeki talimatlara uygun olarak

YAPILMALIDIR. Yalnizca en son 1ISO14903 sirtimiyle uyumlu mekanik baglantilar (6rn.
sert lehimleme+havsali baglantilar) kullanilabilir.

DIKKAT
Borular ve diger basing icerikli parcalar sogutucu icin uygun olacaktir. Sogutucu

borulari igin fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

BILGI
Ayrica, "2 Genel givenlik onlemleri" [» 7] boliminde agiklanan onlemleri ve
gereksinimleri okuyun.

i @

= Borularin icindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil) <30 mg/10 m'den
daha az olmalidir.

Sogutucu borularinin capi

Dis Unite Gzerindeki baglantilarda olan caplarin aynisini kullanin:

Boru dis gapi (mm)
Sinif Sivi borusu Gaz borusu
200 @9,5 mm @19,1 mm
250 @9,5 mm @22,2 mm

Sogutucu borularinin malzemesi
= Boru malzemesi: fosforik asitle oksijeni giderilmis eksiz bakir
= Havsali baglantilar: Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

= Boru sertlik derecesi ve et kalinligi:

Dis cap (@) Sertlik derecesi Kalinhk (t)®
9,5 mm (3/8") Tavlanmis (O) >0,8 mm \Q®t
19,1 mm (3/4")
22,2 mm (7/8")
Soit sseerm Kimslar VDAIKIN e
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@ lgili mevzuata ve Gnitenin maksimum calisma basincina (bkz. Ginitenin isim plakasi
Gzerindeki "PS High") bagli olarak daha buytk boru kalinligi gerekebilir.

17.1.2 Sogutucu borularinin yalitimi

= Yalitim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen kdpuk kullanin:
- ist aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh°C)
- 1sidirencien az 120°C

= Yahtim kalinlig:

Boru dis capi (@,) Yalitim i¢ cap1 (@,) Yalitim kalinhg (t)
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
19,1 mm (3/4") 20~24 mm
22,2 mm (7/8") 23~27 mm

Sicaklk 30°C'den ve bagll nem%80'den yuksekse, bu durumda yalitim yizeyinde
yogusmanin onlne gecilmesi icin yalitim malzemelerinin kalinhgl en az 20 mm
olmalidir.

17.2 Sogutucu borularinin baglanmasi

BiLGi

= Sivi borusu icin havsali baglanti kullanin.

i @

* Gaz borusu icin, ilistirilmis boruyu (aksesuar) kullanin ve altigen bash civatalar ve
yayli rondelalar (aksesuar) ile sabitleyin

17.2.1 Sogutucu borularinin baglanmasi hakkinda

Sogutucu borularinin baglantisi yapilmadan 6nce
Dis ve i¢ Unitenin monte edildiginden emin olun.
Tipik is akisi
Sogutucu borularinin baglanmasi sunlari kapsar:
= Sogutucu borularinin dis Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin i¢ Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin yalitimi
= Su konulardaki ilkeleri unutmamak gerekir:
- Boru kivrimlari
- Boru uglarina havsa acilmasi

Sert lehim

Stop vanalarmin kullanimi

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
6 Split sistem klimalar
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17.2.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

. BiLGi

Ayni zamanda asagidaki bolimlerde bulunan énlem ve gereksinimleri de okuyun:

= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 7]

= "17.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi" [» 55]

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

DIKKAT
* Havsali pargada maden yagi KULLANMAYIN.
= Onceki tesisatlardan cikan borulari KULLANMAYIN.

= Kullanim émriiniin garanti edilmesi bakimindan bu R32 Unitesine KESINLIKLE
kurutucu takmayin. Kurutucu maddeler ¢ozlinerek sisteme zarar verebilir.

DIKKAT
* Ana Uniteye sabitlenen konik somunu kullanin.

® Gaz kagagini 6nlemek igin, yalnizca havsanin i¢ ylizeyine sogutucu yagi uygulayin.
R32 icin sogutucu yagi kullanin (Ornek: FW68DA, SUNISO Yag).

= Baglantilari tekrar KULLANMAYIN.

DIiKKAT

Sogutucu akiskan borulariyla ilgili olarak su hususlari dikkate alin:

© @ 0P

= Sogutucu dongustne belirtilen sogutucu akiskan disinda baska hicbir seyin (6rn.
hava) karismamasini saglayin.

= Sogutucu ilave ederken, yalniz R32 veya R410A kullanin. Kullanilacak sogutucu tipi
icin dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

® Basinca dayanikli olmasi ve yabanci maddelerin (6rn. maden yaglari ve nem)
sisteme karismasinin énlenmesi icin yalnizca R32 veya R410A kurulumlari igin 6zel
olarak tasarlanmis montaj aletleri (6rn. manifold gosterge seti) kullanin.

= Borulari, konik parcalari KESINLIKLE mekanik gerilime maruz kalmayacak sekilde
monte edin.

* Borulari sahada gozetimsiz BIRAKMAYIN. Montaj isinin 1 giin icinde YAPILMAMASI
durumunda, boru tesisatini pislik, sivi veya toz girisi 6nlenecek sekilde asagidaki
tabloda aciklandigi gibi koruyun.

= Bakir borulari duvarlardan gegcirirken dikkatli olun (asagidaki sekle bakin).

B 5o A %

X

Unite Montaj donemi Koruma yontemi
Dis Unite >1ay Boruyu ezin
<1 ay Boruyu ezin veya bantlayin
ic Unite Doneme bagli olmaksizin
FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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DIKKAT
Sogutucu akiskan borularini kontrol etmeden KESINLIKLE sogutucu akiskan kesme

vanasini agcmayin. ilave sogutucu akiskan doldurmaniz gerekiyorsa, sogutucu akiskan
kesme vanasini doldurma isleminden sonra agmaniz 6nerilir.

17.2.3 Sivi borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

BiLGi

®
l Sivi borusunu baglamak icin havsali baglanti kullanin.

Borulari baglarken su hususlari dikkate alin:

= Havsa somunu takarken, havsanin i¢c ylzeyini eter veya ester yagiyla kaplayin.
Saglam sekilde sikmadan once, elinizle 3 veya 4 tam tur sikin.

— \
RN
|
/

= Havsa somununu gevsetirken DAIMA 2 anahtari birlikte kullanin.

= Boru baglantilarini yaparken havsa somununu sikmak icin DAIMA somun anahtari
ile tork anahtarini birlikte kullanin. Boylece, somunun catlamasi ve kacaklar
onlenmis olur.

a Torkanahtar
b Somun anahtari
¢ Boru birlesimi
d Havsa somunu
Boru ebadi (mm) | Sikma torku (Nem) | Havsa olgiileri (A) | Havsa bigimi (mm)
(mm)
?9,5 33~39 12,8~13,2

Boru biikme esaslari

BlUkme icin bir boru bikme aleti kullanin. Tim boru dirsekleri mimktn oldugunca
yumusak gecisli olmahdir (dirsek yaricapi 30~40 mm veya daha yUksek olmalidir).

Boru ucuna havsa agmak icin

iKAZ
= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin. Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek
icin yeni havsalar kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa baslh somunlari kullanin. Farkli havsa somunlarinin
kullanilmasi, sogutucu gaz kacaklarina neden olabilir.

1 Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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2 Capaklarin boruya GIRMEMESI icin, kesilen ylizey asagl bakarken capaklarini
temizleyin.

a— | b

a Tam dik agida kesin.
b Capaklari temizleyin.

3 Stop vanasindan havsa somununu sokin ve boru Uzerine yerlestirin.

4 Boruyu konik kesin. Tam olarak asagidaki sekilde gosterildigi konuma ayarlayin.

lf

R410A veya R32 icin Geleneksel havsa takimi
havsa takm.1| Kavrama tipi Kelebek somun tipi
(kavramali tip) (Ridgid tipi) (Imperial tipi)
A 0~0,5mm 1,0~1,5 mm 1,572,0 mm

5 Havsanin dogru sekilde acildigini kontrol edin.

a = b

a Havsaninig ylzeyi puruzsiz OLMALIDIR.
b Boru ucuna esit olarak tam daire seklinde havsa ACILMALIDIR.
¢ Havsa somununun takildigindan emin olun.

17.2.4 Gaz borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

BiLGi

o
l Gaz borusu baglantisi igin ilistirilmis boruyu (aksesuar) kullanin.

DIKKAT
= [listirilmis borulari Gniteye sabitlemeden 6nce, ilistirilmis borulari (aksesuar) ve

saha sogutucu borularini (sahadan temin edilir) sert lehimle birlestirin.

= Sogutucu borularini dogrudan i tniteye LEHIMLEMEYIN.

Sert lehim icin asagidaki yonergeleri dikkate alin:

Saha borularini ilistirilmis borulara lehimlemek igin

= Lehimleme sirasinda, borularin i¢c kisminda yliksek miktarda oksitlenmis film
tabakasi olusumunu Onlemek icin nitrojen uygulayin. Bu film sogutma
sistemindeki vana ve kompresorler Gzerinde olumsuz etki yaratir ve dizgin
calismalarina mani olur.

= Bir basin¢ disirme vanasi ile azot basinci 20 kPa (0,2 bar) olarak (ciltte
hissedilebilecek kadar) ayarlanmalidir.

FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Sogutucu borular

Sert lehim uygulanacak kisim
Bantlama

Mantiel vana

Basing dislirme vanasi

Azot

-0 Q. n T O

= Boru baglantilarina sert lehim uygularken oksitlenme 6nleyiciler KULLANMAYIN.
Artiklar borulari tikayabilir ve ekipmanlari bozabilir.

= Sogutucu borularinda bakirla bakiri sert lehim yaparken dekapan KULLANMAYIN.
Fosfor bakir sert lehim dolgu alasimi kullanin (BCuP-2: JIS Z 3264/, BCu
93P-710/795: 1SO3677), dekapan gerektirmez.

Sogutucu boru sistemleri Uzerinde dekapan son derece zararli bir etkiye sahiptir.
Orn., klor bazli dekapan kullanildiginda, boruda korozyona yol acar ya da dzellikle
dekapan flor icerdiginde sogutucu yagina zarar verecektir.

17.2.5 Sogutucu borulariniic Uniteye baglamak igin

iKAZ
Sogutucu borusu veya bilesenleri, korozyona ugramaya dogal olarak direngli

malzemelerden yapilmis veya korozyona karsi uygun sekilde korunmus olmadikga,
sogutucu iceren bilesenlerin korozyona ugratilabilecegi herhangi bir maddeye maruz
kalmayacaklari bir konuma monte edin.

@ UYARI: HAFiF YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise) orta derecede tutuskandir.

Kullanilacak sogutucu tipi icin dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

= Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mimkin oldugunca kisa tutun.

1 Swvi borularinin Uniteye baglantisini havsali baglantilar kullanarak yapin.
a b ¢ d

Ijﬂﬁ[lf\-'
N

Saha borulari

Havsa somunu (Uniteyle verilmistir)

Sogutucu boru baglantisi (Uniteyle verilmistir)
ic Unite

O n T O

2 listirilmis borulari (aksesuar) kullanarak gaz borularini baglayin. Altigen basl
civatalar (M10x40) (aksesuar) ve vyayh rondelalar (aksesuar) kullanarak
21,5~28,9 Nm torkla Uniteye sabitleyin. Baglanti arasina contayi (ilistirilmis
borularin Uzerinde) yerlestirin. Contaya sogutma makine yag (Ornek:
FW68DA, SUNISO Yag) uygulayin.

N LI
| H
= F——]

Saha borulari

Altigen basli civata (M10x40)

Yayli rondela (aksesuar)

ilistirilmis boru

Conta (ilistirilmis borularin Gzerinde)
ic Unite

-0 QO n T QO
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iKAZ
Contayl (ilistirilmis borularin Gzerinde) tekrar KULLANMAYIN. Sogutucu gaz

kacaklarini 6nlemek icin daima yeni contalar kullanin.

3 ic Uinitedeki sogutucu borularini asagidaki gibi yalitin:

e
o
:
|

-

A S borular

B Gaz borulari

a Yalitim malzemesi (sahadan temin edilir)

b Kablo bagi (sahadan temin edilir)

¢ llistirilmis boru (aksesuar)

d Altigen bash civata ve yayh rondela (aksesuar)
e Sogutucu boru baglantisi (Uniteyle verilmistir)
f Unite

DIKKAT
TUm sogutucu borularini yalitmayi ihmal etmeyin. Acikta kalan borular yogusmaya

neden olabilir.

FDA200+250AXVEB | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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18 Elektrikli bilesenler

Bu bdlimde
18.1  Elektrik kablolarinin baglanmast NaKKING@ .........cooiiiiiiiie ettt 62
18.1.1  Elektrik kablolari baglanirken 6nlemler...............c.c...... 62
18.1.2  Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler..........ooiiiciiiiee s 63
18.1.3  Standart kablo elemanlarinin spesifikasyOnIari............ccoiiiiiiioie e 64
18.2 ¢ Uniteye elektrik kablolarint DaBIamak iGN ..........cvoviivieiieieie e 65

18.1 Elektrik kablolarinin baglanmasi hakkinda

Tipik is akisi

Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:

1 Gug besleme sisteminin Unitenin elektrik 6zelliklerine uygun oldugundan emin
olunmasi.

Elektrik kablolarinin dis Giniteye baglanmasi.
Elektrik kablolarinin i¢ Gniteye baglanmasi.
Ana gl¢ beslemesinin baglanmasi.

18.1.1 Elektrik kablolari baglanirken énlemler

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

UYARI
= Tim kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve

ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.
= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI
Glg besleme kablolari icin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.

° BiLGi

l Ayrica, "2 Genel givenlik onlemleri" [» 7] boéliminde aciklanan onlemleri ve
gereksinimleri okuyun.

o BiLGI
l Ayni zamanda "18.1.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari" [» 64] bahsi
okunmalidir.
Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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UYARI
® Gug¢ beslemesinde eksik veya yanlis bir N fazi varsa, cihaz arizalanabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin keskin
kenarlarla ve borularla, 6zellikle de ylksek basing tarafindaki borularla temas
etmemesine dikkat edin.

® Hasar gormuls kablolari, uzatma kablolari veya yildiz sistemi baglantilarini
KULLANMAYIN. Aksi takdirde, asiri isinma, elektrik carpmalari veya yangin
meydana gelebilir.

* Bu Unitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz ilerletme kapasitori
kullanmayin. Faz ilerletme kapasitori performansi disUrir ve kazalara yol agabilir.

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Ill altinda tam ayirma saglayan, temas noktasi bosluklari
arasinda en az 3 mm olan tim kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

UYARI

Besleme kablosu zarar goriirse tehlikeye meydan vermemek igin imalatgl, onun servis
temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Termal kesicinin yanhshkla sifirlanmasindan 6tiri dogabilecek bir tehlikeden
kacinmak icin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamaldir.

> B P

18.1.2 Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler

DIKKAT
Tek parca (tek damarl) teller kullanmanizi éneririz. Orgili tellerin kullaniimasi

durumunda, ug kelepgesinde dogrudan kullanim igin veya vyuvarlak sikistirma
stilindeki terminale yerlestirme icin iletkenin ucunu saglamlastirmak amaciyla orguleri
hafifce bukin.

Orgiilii iletkenli kabloyu montaja hazirlamak igin
Yontem 1: iletkeni biikkmek
1 Kablolarin uglarindaki yalitimi (20 mm) soyun.

2 "Tek parga benzeri" baglanti olusturmak icin iletkenin ucunu hafif¢e bikin.

i
4

Yontem 2: Yuvarlak sikistirma stilindeki terminali kullanmak (6nerilir)

1 Kablolardaki yalitimi soyun ve her kablonun ucunu hafifce bukun.

FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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2 Kablonun ucuna yuvarlak sikistirma stilinde bir terminal takin. Yuvarlak kablo
pabucunu kabloya siyrilan alani kapatacak sekilde takin ve terminali uygun bir

aletle sikin.

=

> D

Kablolari déserken su yontemleri kullanin:

Kablo tipi

Montaj yontemi

Tek damarli tel

Veya

o

"Tek parca benzeri"
baglantiicin bukdlmus
orgula iletkenli kablo

kablo)
b Vida

¢ Diz pul

a Kivrimli (tek damarli veya bikilmus orgili iletkenli

AA’

Yuvarlak kablo pabuglu
orguld iletken kablo

a Terminal
b Vida

¢ Dz pul

+ lzin verilir
X izin VERILMEZ

a bc

Sikma torklan

Kablo Vida olgusii Sikma torku (Nem)
GUc¢ besleme kablosu M3,5 0,8
Ara baglanti kablosu (i¢<=>dis)
Kullanici araylzU kablosu M3,5 0,79~0,97

= Kablo tutucu ve terminal arasindaki topraklama kablosu diger kablolardan daha

uzun olmalidir.

1-3

D

18.1.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari

Gii¢ beslemesi

Voltaj

220~240V/220V

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Gii¢ beslemesi

Frekans 50/60 Hz

Faz 1~

MCA @ FDA200: 4 A
FDA250: 4,3 A

@ MCA=Minimum devre amperi. Belirtilen degerler maksimum degerlerdir (tam degerler igin
ic Unitenin elektrik verilerine bakin).

Komponentler

GUg besleme kablosu Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun

OLMALIDIR.
3 damarli kablo

Kablo boyutu akima baglidir, ancak 1,5 mm?'den
az olamaz

Ara baglanti kablosu (ig<—>dis) | Sadece cift yalitim sunan ve gecerli voltaja uygun

olan uyumlu kablo kullanin
4 damarl kablo

Minimum boyut 1,5 mm?

Kullanici araytzU kablosu Sadece cift yalitim sunan ve gecerli voltaja uygun

olan uyumlu kablo kullanin
2 damarli kablo
Minimum boyut 0,75 mm?

Maksimum uzunluk 500 m

Onerilen devre kesici 6A
Artik akim cihazi Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun
OLMALIDIR

18.2 ic Uniteye elektrik kablolarini baglamak icin

@ DIKKAT
= Kablo semasini (Uniteyle birlikte verilir, servis kapaginin i¢ kisminda bulunur) takip

edin.

Opsiyonel ekipman baglantisi hakkindaki talimatlar icin opsiyonel ekipman ile
birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.

Elektrik kablolarinin  servis kapaginin yerine dlzgin takilmasina mani
OLMADIGINDAN emin olun.

Glc besleme

ve ara baglanti kablolarinin birbirlerinden ayri tutulmasi énemlidir.

Olabilecek elektrik girisimlerini dnlemek icin her iki kablolama arasindaki mesafenin
DAIMA en az 50 mm olmasi gerekir.

DIKKAT
Glg hatti ve ara baglanti hattini mutlaka birbirlerinden ayri tutun. Ara baglanti

kablolari ve gii¢ besleme kablolari kesisebilir, ancak paralel GIDEMEZ.

1 Servis kapagini gikartin.

FDA200+250AXVEB
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2 Kullanic arayiizii kablosu: Kabloyu kablo deligi icinden yonlendirin ve kabloyu
terminal bloguna baglayin (semboller P1, P2). Kabloyu sargi bagi ile kablolama
aparati Uzerine sabitleyin.

3 Ara baglanti kablosu (ic<>dis): Kabloyu kablo deligi icinden yonlendirin.
Kabloyu terminal bloguna baglayin (1~3 sayilarinin dis Unitedeki sayilara
uydugundan emin olun) ve toprak kablosunu baglayin.

4 Giig besleme kablosu: Kabloyu delik icinden yonlendirin ve terminal bloguna
baglayin (L, N, toprak). Dogru calismasini saglamak icin Unite, ara baglanti
kablosuna ek olarak ayri bir giic kaynagina BAGLANMALIDIR. Uniteye servis
yaparken, tim glc beslemelerini kesin.

a Arabaglanti kablosu
b Gig besleme kablosu
¢ Devre kesici

d Artik akim cihazi

e Gigc beslemesi

f Toprak

a Kullanici araylzi kablosu
b Gig besleme ve ara baglanti kablosu
¢ Kablo semasi ile servis kapagi
5 Kablo kelepgesi (glic besleme ve ara baglanti kablosu icin): Kablolari kablo
kelepcesi ile tespit edin.

a Kablolama aparati
b Kablolar igin gecit deligi
c Kablo kelepgesi

6 Uniteye suyun girmesini 6nlemek icin sizdirmazhig (sahadan temin edilir)
kablolarin etrafina sarin. Ktgtk hayvanlarin sisteme girisini dnlemek igin tim
bosluklari kapatin.
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UYARI
Unitenin kigiik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullanilmasini énlemek icin

gerekli 6nlemleri alin. Kigtk hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

7 Servis kapagini yerine takin.

Tamamlanmis sistem kablo tesisat ornegi

Dis Unitelerin kablo tesisati icin, dis Uniteyle birlikte verilen montaj kilavuzuna
basvurun.

Cift tipi: 1 uzaktan kumanda 1 ig liniteyi kontrol eder (standart)

GUg beslemesi
Ana salter

Artik akim cihazi
Kullanicr arabirimi
Ayri glic kaynagi

D QQn T O

Grup kontrolii: 1 kullanici arabirimi 4'e kadar ikili sistemi kadar kontrol eder
(tiim ig Giniteler kullanici arabirimi yonetiminde galigir)

GUg beslemesi
Ana salter

Artik akim cihazi
Kullanici arabirimi
Ayri guc kaynagi

o QO n T O

= Tdm i¢ Uniteler kullanici arabirimine gore ¢alisir

= Termistorin oda sicakligi degeri sadece kullanici arabirimine bagli i¢ Unite igin
gecerlidir.

2 kullanici arabirimi ile kontrol: 2 kullanici arabirimi 1 i¢ Giniteyi kontrol eder

FDA200+250AXVEB | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Gug beslemesi
Ana salter

Artik akim cihazi
Kullanicr arabirimi
Ayri glic kaynagi

oD QO n T O

BILGI
Grup kontroltinde i¢ Uniteye bir grup adresi atanmasi gerekli degildir. Gii¢ acildiginda
grup adresi otomatik olarak ayarlanir.

i @
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19 Isletmeye alma

DIKKAT
Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bolimdeki devreye alma talimatlarinin

yaninda, Daikin Business Portal (kimlik dogrulama gerekir) icinde genel bir devreye
alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bolimdeki talimatlarin tamamlayicisidir ve
devreye alma ve kullaniclya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu olarak

kullanilabilir.
Bu bélimde
19.1  GENEl DAKISI DEVIEYE GIMA ...uiiiiiiiiiieti ettt ettt ettt ettt s st es et e sk s e st es et n et sttt a s 69
19.2  Devreye alma sirasinda alinmasi gereken 6nlemler 69
19.3  Isletmeye alma 6ncesi kontrol listesi 70
19.4  Birtest calistirmast ercekIEStirMEK IGIN . .....o.iiiiiiit ettt ettt 70

19.1 Genel bakis: Devreye alma

Bu bolimde, montaji yapildiktan sonra sistemi isletmeye almak icin yapmaniz ve
bilmeniz gerekenler agiklanmistir.

Tipik is akisi

Devreye alma c¢alismasi tipik olarak su asamalardan meydana gelir:

1

"Isletmeye alma dncesi kontrol listesi" kontrolu.

2 Sistem icin bir test calistirmasi gerceklestirilmesi.

19.2 Devreye alma sirasinda alinmasi gereken onlemler

DIKKAT
Baslatma sirasinda kompresorin bozulmamasi icin sistem calistirlmadan once,

Uniteye MUTLAKA en az 6 saat boyunca gli¢ beslenmelidir.

©

DIiKKAT

Uniteyi DAIMA termistérler ve/veya basing sensérleri/anahtarlari ile calistirin. AKSI
TAKDIRDE, kompresér yanabilir.

©

DIiKKAT

Sogutma isletim modu. Acilmayan stop vanalarini tespit edebilmek icin test
calistirmasini sogutma isletim modunda gerceklestirin. Kullanici araytzi isitma
moduna ayarlanmis olsa bile, 2-3 dakika siresince Unite sogutma isletim modunda
calisacaktir (kullanici araylzi isitma simgesini gosterecek olmasina ragmen) ve
ardindan otomatik olarak i1sitma isletim moduna gecgecektir.

BiLGi

Unite ilk defa calistirildiktan sonra gegen siirede gerekli giic, tinite tizerindeki etikette

i @

belirtilen degerden yuksek olabilir. Bu durum kompresoriin sorunsuz ¢alisma ve sabit
glc tuketimine erismesi icin 50 saat boyunca kesintisiz ¢alistirilmasi gerekmesinden
kaynaklanir.
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19.3 isletmeye alma 6ncesi kontrol listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asagida listelenen 6geleri kontrol edin.
2 Uniteyi kapatin.

3 Uniteye enerji verin.

(] Montajci ve kullanici referans kilavuzunda aciklanan tim montaj ve kullanim talimatlarini
okudunuz.

(] i¢ tinite dogru sekilde monte edilmelidir.

(] Dis linite dogru sekilde monte edilmelidir.

(] Drenaj borulari dogru monte edilmeli ve yalitilmali ve drenaj dizgln sekilde akmalidir. Su
kacagi olup olmadigini kontrol edin.
Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

(] Kanal sistemi uygun sekilde takilmis ve yalitiimis.

(] Sogutucu borulari (gaz ve sivi) dogru baglanmis ve isil yalitim yapilmis.

] KESINLIKLE sogutucu akiskan kagagi bulunmamalidir.

(] EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.

(] Sistem dlzgin sekilde topraklanmali ve toprak terminalleri sikilmalidir.

(] Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu kilavuza uygun olmalidir ve baypas
EDILMEMELIDIR.

] Gii¢ besleme gerilimi, Unite tanitma etiketi zerindeki gerilime uymahdir.

(] Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya hasarli elektrik bileseni
bulunmamalidir.

(] ic ve dis Unitelerin icerisinde KESINLIKLE hasarli bilesen veya sikismus borular
bulunmamalidir.

(] Dis Unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen acik olmalidir.

19.4 Bir test calistirmasi gerceklestirmek icin

BiLGi

= Bagh kullanici arabirimi kilavuzundaki talimatlara gore test c¢alistirmasini
gercgeklestirin.

i @

= Test calistirmasi, ancak kullanici  arabiriminde  hicbir ariza  kodu
goruntilenmediginde tamamlanir.

® Hata kodlarinin tam listesi ve her hatanin ayrintili sorun giderme rehberi igin
servis kilavuzuna bakin.

DIKKAT
Test calistirmasini KESMEYIN.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN FDA200+250AXVEB
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20 Yapilandirma

20.1 Saha ayari

Gergek montaj kurulumu ve kullanicinin ihtiyaclarina uygun olacak sekilde asagidaki
saha ayarlarini yapin:

= Sunlar kullanilarak harici statik basing ayari:
- Hava akisini otomatik diizenleme ayari
- Kullanicr arabirimi

= Hava filtresi temizlik zamani

Ayar: Harici statik basing

BiLGi

= [¢ Unitenin fan hizi standart harici statik basing saglayacak sekilde dnceden
ayarlanmistir.

i

® Daha ylksek veya algak harici statik basing ayarlamak icin kullanici araytzi ile ilk
ayari sifirlayin.

Harici statik basing ayarlari 2 sekilde yapilabilir:
= Hava akisi otomatik ayarlama fonksiyonunu kullanarak
= Kullanicr araytzind kullanma

Hava akisi otomatik ayarlama fonksiyonu ile harici statik basinci ayarlamak igin

DIKKAT
® Hava akisl otomatik ayarlamasi icin yalniz fan isletimi sirasinda damperlerde

ayarlama YAPMAYIN.

* 100 Pa'dan yuksek harici statik basing icin, hava akisi otomatik ayarlama
fonksiyonunu KULLANMAYIN.

= Havalandirma yollari degistirilmisse, hava akisi otomatik ayarini tekrar yapin.

= Test calistirmasi kuru bir serpantinle yapilmalidir, serpantini kurutmak icin Gniteyi
yalniz fan modunda 2 saat calistirin.

= GlU¢ kaynagi kablolarinin, kanalin, hava filtresinin dogru takilip takilmadigini
kontrol edin. Uniteye kapama damperi takilmissa, bunun acik oldugundan emim
olun.

= Bir taneden fazla hava giris ve ¢ikisi oldugunda, her bir hava giris ve c¢ikisinin
tasarim hava akis oranina uymasi icin damperleri ayarlayin.

1 Hava akisi otomatik ayarlama fonksiyonunu kullanmadan 6nce Uniteyi yalniz
fan modunda calistirin.

2 Klima unitesini durdurun.
3 M11(21) ve SW 7 icin "—" deger numarasini 03 olarak ayarlayin.
4 Klima Unitesini baglatin.

Sonug: isletim lambasi yanar ve (nite, hava akisi otomatik ayarlamasi icin fan
isletimini baslatir.
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5 Hava akisi otomatik ayari tamamlandiktan sonra (klima Unitesi durur), "—
deger sayisinin 02 olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. Highir
degisiklik yoksa, ayar islemini tekrar gerceklestirin.

Ayar igerigi: O zaman"
M SwW =
Hava akisi ayarlamasi KAPALI 11(21) 7 h
Otomatik hava akisi ayarlamasinin tamamlanmasi 02
Otomatik hava akisi ayarlamasina baslanmasi 03

Harici statik basinci kullanici arayiizii ile ayarlamak igin

ic Gnitenin ayarini kontrol edin: M 11(21) ve SW 7 icin "—" deger numarasi ayari 01

yapilmalidir.
1 "—"deger numarasini, asagidaki tabloda oldugu gibi baglanacak kanalin harici
statik basincina gore degistirin.
Ayar® Harici statik basing
M Sw —
13(23) 6 _ 62
02 70
03 80
04 90
05 100
06 115
07 130
08 145
09 160
10 175
11 190
12 205
13 220
14 235
15 250

Ayar: Hava filtresi temizlik zamani

Bu ayar odadaki hava kirlenmesi ile uyumlu olmalhdir. "Filtre temizleme zamani"
bildiriminin kullanici araylzinde gorintilenme zaman araligini belirler.

W Saha ayarlari asagidaki gibi belirlenir:

* M: Mod numarasi — Birinci numara: Unite gruplari icin — Parantez icindeki numara: ferdi Ginite icin

* SW: Ayar numarasi
e —: Deger numarasl
o [: Varsayilan
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20 | Yapilandirma

istediginiz aralik ise... O zaman"
(hava kirlenmesi) M SwW =
+2500 sa. (hafif) 10 (20) 0
+1250 sa. (agir) 02
Bildirim ACIK 3
Bildirim KAPALI 02

= 2 kullanici arabirimi: 2 kullanici arabirimi kullanirken, biri "MAIN" olarak, digeri
de "SUB" olarak ayarlanmalidir.

' Saha ayarlari asagidaki gibi belirlenir:
* M: Mod numarasi — Birinci numara: tnite gruplari icin — Parantez icindeki numara: ferdi Uinite icin
* SW: Ayar numarasi
e —: Deger numarasi
o [: Varsayilan
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21 | Kullaniciya teslim

21 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde calismaya basladiginda,
asagidaki hususlarin kullanici tarafindan anlasildigindan emin olun:

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve kullanicidan bu
doklimanlari daha sonra basvurmak lzere saklamasini isteyin. Kullaniciyr tim
belgeleri bu kilavuzda daha once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda
bilgilendirin.

= Kullaniclya sistemin nasil dogru sekilde calistirilacagini ve herhangi bir sorunla
karsilasmasi halinde ne yapacagini aciklayin.

= Kullaniciya Gnitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri aciklayin.
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22 Sorun giderme

22.1 Hata kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin ¢gzimu

Unite bir sorunla karsilasirsa, kullanici araytizi bir hata kodu gérintiler. Sorunun
anlasiimasi ve hata kodu sifirlanmadan énce énlemlerin alinmasi cok dnemlidir. Bu
islem yetkili bir montor veya saticiniz tarafindan gerceklestirilmelidir.

Bu bolimde en muhtemel hata kodlari hakkinda genel bilgiler ve bunlarin kullanici
araylzinde gorunttlenen aciklamalari verilmistir.

BiLGi

°
l Sunlar igin servis kilavuzuna bakin:

* Hata kodlarinin tam listesi

® Her hataya yonelik daha ayrintili sorun giderme rehberi

22.1.1 Hata kodlari: Genel Bakis

Baska hata kodlarinin gériinmesi halinde, saticinizi arayin.

Kod Tanim

A1 ic Unite PCB arizas

A3 Drenaj seviyesi kontrol sisteminde anormallik

A4 Donma korumasinda ariza

As Isitmada ytksek basing kontroll, sogutmada donma koruma kontroli

ARG Fan motoru arizasi

A7 ic yon degistirme motoru arizasi

A8 GUc beslemesinde ariza veya AC girisi asirt akimi

Aar Nemlendirme sistemi arizasi

AH Hava temizleyicinin toz toplayicisinda ariza

= Kapasite ayar arizasi (i¢ Gnite PCB)

C1 iletim arizasi (i¢ Gnite PCB ve alt PCB arasinda)

g Isi esanjorine ait sivi borusu termistorinde ariza

£s Isi esanjoriine ait gaz borusu termistorinde ariza

=S Isi esanjoriine ait gaz borusu termistdrinde ariza

9 Emme havasi termistorinde ariza

cAR Tahliye havasi termistorinde ariza

gl Uzaktan kumandada oda sicakhgl termistor anormalligi
FDA200+250AXVEB |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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23 Bertaraf

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.
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24 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel
erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal Gzerinden ulasilabilir
(kimlik denetimi gerekir).

24.1 Kablo semasi

24.1.1 Birlesik kablo semasi aciklayici bilgiler

Uygulanan parcalar ve numaralandirma icin Unitenin Uzerindeki kablo baglanti
semasina bakin. Par¢a numaralandirma, her bir parga i¢in artan dizende Arap
rakamlariile ve asagidaki genel bakista parca kodunda "*" ile gosterilir.

Split sistem klimalar
4P580572-1B — 2024.07

Sembol Anlami Sembol Anlami
__~__  |Devrekesici D Koruyucu topraklama
‘b/— == GUrlltusiz toprak
% Koruyucu topraklama
(vidast)
- Baglanti ® Dogrultucu
ea eaf} | Konektdr - Role konektori
L Toprak '@ Kisa devre konektord
W W:-- | Saha kablolar Terminal
i — Sigorta [N Terminal seridi
IJ::%?'; ic Unite oe Kablo kelepcesi
L;UJ);_\LW Dis Unite —{TTT1+ |lsiticl
_j/ Artik akim cihaz
Sembol Renk Sembol Renk
BLK Siyah ORG Turuncu
BLU Mavi PNK Pembe
BRN Kahverengi PRP, PPL Mor
GRN Yesil RED Kirmizi
GRY Gri WHT Beyaz
SKY BLU GOk mavisi YLW Sari
Sembol Anlami
A*Pp Baski devre kart
BS* Basma buton ACMA/KAPAMA, isletim
anahtari
BZ, H*O ikaz sesi
FDA200+250AXVEB 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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24 | Teknik veriler

Sembol

Anlami

C*

Kapasitor

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Baglanti, konektor

D*, V¥*D Diyot

DB* Diyot koprisU
DS* DIP anahtari
E*H Isitici

FU*, F*U, (6zellikleri igin, Gnitenizin Sigorta

icindeki PCB'ye bakin.)

FG* Konektor (govde topraklamasi)

H* Kablo demeti

H*P, LED*, V*L Pilot lamba, 151k yayan diyot

HAP Isik yayan diyot (servis monitori yesil)

HIGH VOLTAGE Yuksek gerilim

[ES Akilli gbz sensori

IPM* Akilli glic modulu

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Manvyetik role

L Canli

L* Bobin

L*R Reaktor

M* Kademe motoru

M*C Kompresoér motoru

M*F Fan motoru

M*P Drenaj pompasi motoru

M*S Yon degistirme motoru

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Manyetik role

N Notr

n=*, N=* Ferrit cekirdekten gecis sayisi

PAM darbe genlik modulasyonu

PCB* Baski devre karti

PM* Gu¢ modili

PS Anahtarlamali gl besleme

PTC* PTC termistor

Q* Gegit kapisi izole edilmis ¢ift kutuplu
transistor (IGBT)

Q*C Devre kesici

Q*DlI, KLM Toprak kagagl devre kesicisi
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24 | Teknik veriler

Sembol Anlami

Q*L Asiri yik koruyucu

Q*M Termal anahtar

Q*R Artik akim cihazi

R* Direng

R*T Termistor

RC Alici

S*C Sinir anahtari

S*L Samandirali anahtar

S*NG Sogutucu kacak detektoru

S*NPH Basing sensorl (yuksek)

S*NPL Basing sensori (alcak)

S*PH, HPS* Basing anahtari (ylksek)

S*PL Basing anahtari (algak)

S*T Termostat

S*RH Nem sensori

S*W, SW* isletim anahtari

SA*, F1S Dalgalanma siperi

SR*, WLU Sinyal alic

SS* Secim anahtari

SHEET METAL Terminal seridi sabitleme plakasi

T*R Trafo

TC, TRC Verici

V*, R*V Varistor

V*R Diyot képriis, izoleli gift kutuplu
transistor (IGBT) giic moduli

WRC Kablosuz uzaktan kumanda

X* Terminal

X*M Terminal seridi (blok)

Y*E Elektronik genlesme vanasi bobini

Y*R, Y*S Tersleyici solenoid vana bobini

Z*C Ferrit cekirdek

ZF, Z*F Garalta filtresi

FDA200+250AXVEB
Split sistem klimalar
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25 Sozluk

Satici
Uriin icin satis distributéradir.

Yetkili montor
Urtiniin montajini yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kisidir.

Kullanici
Urtintin sahibi olan ve/veya riini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grlin ya da uygulama alani icin ilgili ve gecerli olan tim uluslararasi,
Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, dizenlemeler ve/veya
yonetmelikler.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisi gerceklestirme veya koordine etme kabiliyetine
sahip yetkili sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grlin veya uygulama icin tanimlanmis montaj, yapilandirma ve
bakiminin nasil yapilacagini agiklayan talimat el kitabidir.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin tanimlanmis, nasil calistirilacagini
aciklayan talimat el kitabidir.

Bakim talimatlari
Uriin veya uygulama (ilgili ise) montaji, yapilandirmasi, calistirmasi ve/veya
bakiminin nasil yapilacagini aciklayan, belirli bir Grin veya uygulama igin
tanimlanmis talimat el kitabidir.

Aksesuarlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gére monte edilmesi gereken ve Urln ile birlikte
teslim edilen ekipman, etiket, kilavuz ve bilgi formlaridir.

Opsiyonel cihazlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gore Urlinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan Uretilmis veya onaylanmis ekipmanlardir.

Sahadan temin edilir
Ekli belgelerdeki talimatlara gore Urinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan URETILMEMIS ekipmanlardir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu

80

P DAIKIN FDA200+250AXVEB

Split sistem klimalar
4P580572-1B — 2024.07












EAL

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P580572-1B 2024.07



	Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu
	İçindekiler
	1 Dokümanlar hakkında
	1.1 Bu doküman hakkında
	1.2 Uyarı ve simgelerin anlamları

	2 Genel güvenlik önlemleri
	2.1 Montör için
	2.1.1 Genel
	2.1.2 Montaj sahası
	R32 soğutucu kullanan ekipmanlar için talimatlar
	Montaj alanı gereksinimleri
	Minimum zemin alanını belirlemek için


	2.1.3 Soğutucu — R410A veya R32 durumunda
	2.1.4 Elektrik


	3 Özel montör güvenlik talimatları
	Kullanıcı için
	4 Kullanıcı güvenlik talimatları
	4.1 Genel
	4.2 Güvenli işletim için talimatlar

	5 Sistem hakkında
	5.1 Sistem montaj planı
	5.2 Fan coil üniteleri için bilgi gereksinimleri

	6 Kullanıcı arabirimi
	7 İşletim öncesinde
	8 İşletim
	8.1 Çalışma aralığı
	8.2 İşletim modları hakkında
	8.2.1 işletim işletim modları
	8.2.2 Özel ısıtma işletim modları

	8.3 Sistemi çalıştırmak için

	9 Enerji tasarrufu ve optimum işletim
	10 Bakım ve servis
	10.1 Bakım ve servis için önlemler
	10.2 Hava filtresi ve hava çıkışını temizleme
	10.2.1 Hava filtresini temizlemek için
	10.2.2 Hava çıkışını temizlemek için

	10.3 Uzun bir durma döneminden önce bakım
	10.4 Uzun bir durma döneminden sonra bakım
	10.5 Soğutucu hakkında

	11 Sorun giderme
	11.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler
	11.1.1 Belirti: Sistem çalışmıyor
	11.1.2 Belirti: Bir üniteden (İç ünite) beyaz buğu çıkıyor
	11.1.3 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor
	11.1.4 Belirti: Kullanıcı arabirimi üzerinde "U4" veya "U5" görüntülenir ve çalışma durur ancak ardından birkaç dakika sonra tekrar başlar
	11.1.5 Belirti: Klimaların gürültüsü (İç ünite)
	11.1.6 Belirti: Klimaların gürültüsü (İç ünite, dış ünite)
	11.1.7 Belirti: Üniteden toz çıkıyor
	11.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir


	12 Yer değiştirme
	13 Bertaraf
	Montör için
	14 Kutu hakkında
	14.1 İç ünite
	14.1.1 Üniteyi ambalajından çıkarmak ve taşımak için
	14.1.2 Aksesuarları iç üniteden sökmek için


	15 Üniteler ve seçenekler hakkında
	Bu bölümde
	15.1 Kimlik
	15.1.1 Tanım etiketi: İç ünite

	15.2 İç ünite hakkında
	15.3 Sistem montaj planı
	15.4 Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler
	15.4.1 İç ünite için olası seçenekler


	16 Ünite montajı
	Bu bölümde
	16.1 Montaj sahasının hazırlanması
	16.1.1 İç ünite montaj sahası gereksinimleri

	16.2 İç ünitenin montajı
	16.2.1 İç ünitenin montajı sırasında uyulacak esaslar
	16.2.2 Kanal montajı sırasında uyulacak esaslar
	16.2.3 Drenaj borusu montajı sırasında uyulacak esaslar
	Genel esaslar
	Drenaj borularını iç üniteye bağlamak için
	Su kaçaklarını kontrol etmek için



	17 Boru tesisatı
	Bu bölümde
	17.1 Soğutucu borularının hazırlanması
	17.1.1 Soğutucu boru gereksinimleri
	Soğutucu borularının çapı
	Soğutucu borularının malzemesi

	17.1.2 Soğutucu borularının yalıtımı

	17.2 Soğutucu borularının bağlanması
	17.2.1 Soğutucu borularının bağlanması hakkında
	17.2.2 Soğutucu borularının bağlantısı yapılırken dikkat edilecekler
	17.2.3 Sıvı borularının bağlantısı yapılırken dikkat edilecekler
	Boru bükme esasları
	Boru ucuna havşa açmak için

	17.2.4 Gaz borularının bağlantısı yapılırken dikkat edilecekler
	Saha borularını iliştirilmiş borulara lehimlemek için

	17.2.5 Soğutucu borularını iç üniteye bağlamak için


	18 Elektrikli bileşenler
	Bu bölümde
	18.1 Elektrik kablolarının bağlanması hakkında
	18.1.1 Elektrik kabloları bağlanırken önlemler
	18.1.2 Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler
	18.1.3 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları

	18.2 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için

	19 İşletmeye alma
	Bu bölümde
	19.1 Genel bakış: Devreye alma
	19.2 Devreye alma sırasında alınması gereken önlemler
	19.3 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi
	19.4 Bir test çalıştırması gerçekleştirmek için

	20 Yapılandırma
	20.1 Saha ayarı

	21 Kullanıcıya teslim
	22 Sorun giderme
	22.1 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü
	22.1.1 Hata kodları: Genel Bakış


	23 Bertaraf
	24 Teknik veriler
	24.1 Kablo şeması
	24.1.1 Birleşik kablo şeması açıklayıcı bilgiler


	25 Sözlük


	ce2cfdd9-d819-4851-84e3-3e5c13c879b4: Off
	60d359f4-ddbb-4297-a13a-c0d1400eb499: Off
	6fe3cebf-fcfa-4e94-aa3c-1932fba0e857: Off
	bf9904b8-7a8e-47f1-b204-1097d8b9479f: Off
	aea53155-9f6c-4ded-a039-ebaaf5341cc8: Off
	9aa32cac-a72c-4e0a-b7d7-af5f515d7536: Off
	a5074bf5-f09d-4fe5-bd1a-285210259f9f: Off
	e7ec4ca8-816b-48b7-81a2-2389c0b3f09a: Off
	76eae153-2897-4a38-8294-a211dbdb5861: Off
	142952f2-9155-4459-b16f-b20cc47beeb6: Off
	3d00cab9-01c6-41ab-bfb3-802d511c7d59: Off
	1edee4a9-c46e-4537-b7ee-b522426cd3e7: Off
	fdeabefe-481c-406f-8653-c628f4b05bda: Off
	a129467a-a318-40c9-9300-2705255be4c0: Off


