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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.

= Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrgrende
montering SKAL udfgres af en autoriseret montgr.

111 Betydning af advarsler og symboler

A FARE

Angiver en situation, der resulterer i dedsfald eller alvorlig
personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger pa
grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.

B

A PAS PA

Brug passende personlige veernemidler (handsker,
sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse
og servicering af systemet.

A ADVARSEL

Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem veek,
sa ingen, iseer ikke bgrn, kan lege med dem. Mulig risiko:
kvaelning.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

= Kolergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres
lige efter drift. De kan veere for varme eller for kolde.
Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du er ngdt til at rere ved delene, skal du beere
beskyttelseshandsker.

= Kglemiddel, der treenger ud ved et uheld, ma IKKE
bergres.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

B

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller
alvorlig personskade.

ADVARSEL: BRANDBART MATERIALE

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

A PAS PA

Ror IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa
enheden.

PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BB B

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

e

Symbol

[13]

&y

Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfering for
montering.

Laes servicevejledningen, fgr du foretager
vedligeholdelse og service.

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

A

1.2 Til installatgren

1.2.1 Generelt

Kontakt forhandleren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende installation
eller drift af enheden.

@ BEM/ERK

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehgret kan resultere i elektrisk sted, kortslutning,
leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

A ADVARSEL

Serg for, at installation, test og anvendte materialer er i
overensstemmelse med geeldende lovgivning (ud over
instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

BEMAERK

= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

BEMAERK

Arbejde pa udendgrsenheden udferes bedst i tarvejr for at
undga indtreengen af vand.

| overensstemmelse med gaeldende lovgivning kan en logbog veere
pakreevet sammen med udstyret. Denne logbog skal mindst
indeholde: information om vedligeholdelse, reparation, testresultater,
stilstandsperioder...

Endvidere SKAL i det mindste felgende oplysninger forefindes pa et
tilgeengeligt sted pa systemet:

= Oplysninger om frakobling af systemet i ngdstilfeelde
= Navn og adresse pa brandveaesen, politi og hospital
= Navn, adresse samt telefonnumre dag og nat til serviceafdelingen

| Europa findes den pakraevede vejledning om denne logbog i
EN378.

1.2.2 Installationsstedet

= Serg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.

= Kontrollér, at konstruktionen er steerk nok til at kunne klare
enhedens veegt og vibrationer.

= Sgrg for, at omradet er godt ventileret. Blokér IKKE
ventilationsabningerne.

= Sgrg for, at enheden er i vater.
Enheden ma IKKE installeres pa fglgende steder:
= | eksplosionsfarlig atmosfaere.

= Pa steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bglger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet og
forarsage funktionsfejl i udstyret.
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Pa steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
anteendeligt stav.

= Pa steder, hvor der dannes eetsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse pa kobberrgr eller loddede dele
kan medfere kelemiddel-laekage.

Instruktioner vedregrende udstyr, der anvender R32
kolemiddel

Hvis relevant.

A ADVARSEL

Man ma IKKE gennembore enheden eller pavirke den
med aben ild.

= Forsgg IKKE pa at gere afrimningen eller renggringen
hurtigere - falg producentens anvisninger.

= Vaer opmaerksom pa, at R32 kglemiddel er LUGTFRIT.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden

M’ Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o |kg
GWP: xxx
"

(2]
9 9+0- k
I !1 ,ﬁl Gv:i;kg = q:cg(’)zeq

2 Bestem, hvilken graf eller tabel, der skal anvendes.

= For indendgrsenheder: Er enheden loftsmonteret,
veegmonteret eller monteret stdende pa gulv?

= For udendgrsenheder, der er installeret eller opbevaret
indenders, samt for rerfgring pa uventileret brugssted,

afhaenger dette af installationshajden:

Hvis installationshgjden er... |Skal man anvende grafen eller

tabellen for...
<1.8m Enheder stédende pa gulv
1,8sx<2,2 m Veaegmonterede enheder
222 m Loftsmonterede enheder

3 Bestem min. gulvareal ved hjeelp af grafen eller tabellen.

konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, A (m?)
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er taendt), og 550
rummets starrelse skal veere som anfert nedenfor. 52020 //
520
@ BEMARK 22500
= Man ma IKKE anvende samledele, der har veeret brugt 470480
for. 450460 /
= Samlinger i installationen mellem dele af kglesystemet a0
skal veere tilgengelige i forbindelse  med 410420 o /
vedligeholdelse. 40 S
39 S
380
ADVARSEL 310 S
30 S|/
Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal 35O340 RS
udfgres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant 0 "7
lovgivning  (f.eks. nationale  bestemmelser vedr. 310300
gasinstallation), og dette arbejde skal udferes af 290
autoriserede personer. 270280
260
Pladskrav vedr. installation 250240
230
@ BEMARK 210
200
= Ror skal beskyttes mod beskadigelse. 0
= Rarleengden skal holdes pa et minimum. zzweo
140
A ADVARSEL .
Hvis udstyret indeholder R32 kelemiddel, sa SKAL "o
gulvarealet i det rum, hvor udstyret installeres, anvendes % o
og opbevares, veere stgrre end min. gulvareal, defineret i 0 ar—
2 . 60 v\ed i —
tabellen nedenfor A (m?). Dette geelder for: 50 Wal-t ou! :
40 — L —
= Indendgrsenheder uden kglemiddeleekage-sensor; ved 0o //_//: moun\ed’ﬁ\'@j
indendersenheder med kelemiddeleekage-sensor, se == 1 Celling: ;
installationsvejledningen 1812226 3 |34/38(42/46( 5 |54|58]62]66] 7 |74 7‘38§ (kg)
"2 24 28 32 36 44 48 52 56 64 68 72 76 som (kg
= Udendgrsenheder installeret eller opbevaret indendars 1843 7.956
(f.eks. vinterhave, vaerksted, maskinrum)
* Rorfering pa uventileret brugssted
Bestemmelse af min. gulvareal
1 Bestem den samlede maengde koglemiddel i systemet
(= kelemiddel pafyldt pa fabrikken @ + @ ekstra maengde
pafyldt kelemiddel).
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A,_,, (m*)  m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A, (m?)

<1.842 —— <1.842 —— <1.842——

1.843 —3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24——474 24—5.79 24—490
26—5.13 26—6.39 26—575
2.8——5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
32—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 3.6—123 3.6——110
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
4.0—101 4.0—151 4.0—136
42—11.2 42—16.7 42—150
44—123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48— 146 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 52—230
54——18.5 54—27.6 5.4—248
56——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——213 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2—327
6.4——259 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2——441
7.4—34.7 74—518 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——385 7.8—57.5 7.8——518

7.956——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Samlet maengde kglemiddel pafyldt systemet

A,

min Min. gulvareal

(a) Ceiling-mounted unit (= loftsmonteret enhed)
(b) Wall-mounted unit (= veegmonteret enhed)
(c) Floor-standing unit (= enhed stdende pa gulv)

1.23

Kolemiddel

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatervejledningen vedrgrende dit anlaeg.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Tomning — kelemiddelakage. Hvis du gnsker at temme
systemet, og hvis der er en laekage i kelemiddelkredsen:

= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk temning,
ved hjelp af hvilken du kan samle al kglemiddel fra
systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:
Selvanteendelse og eksplosion i kompressoren pa
grund af, at der treenger Iuft ind i den kerende
kompressor.

= Brug et separat temmesystem, sa enhedens

kompressor IKKE behgver at kare.

A ADVARSEL

Kglemidlet skal ALTID genvindes. De ma IKKE slippes
direkte ud i miljget. Brug en vakuumpumpe til at tamme
installationen.

BEM&ZRK

Nar alle rar er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gasleekager. Brug nitrogen til at registrere
gasudslip.

BEMAERK

= Pafyld IKKE mere end den specificerede maengde
kglemiddel for at undgd, at kompressoren bryder
sammen.

= Hvis koglesystemet skal abnes, SKAL kglemidlet
behandles i henhold til relevante bestemmelser.

A ADVARSEL

Serg for, at der ikke er ilt i systemet. Kalemidlet ma forst
pafyldes efter udferelse af teethedsprevning og
vakuumtgrring.

@ BEM/ERK

Serg for, at kelergrsinstallationen er i overensstemmelse
med geeldende lovgivning. | Europa er EN378 den
geeldende standard.

@ BEM/AERK

Kontrollér, at rerfering pa brugsstedet og tilslutninger er

aflastede.

= Huvis det er ngdvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne pa
enhedens fabriksskilt. Her er der anfert typen af keglemiddel og
den ngdvendige maengde.

= Enheden er pafyldt med kelemiddel fra fabrikken, og afhaengigt af
rorstgrrelser og rgrleengder kreever nogle systemer yderligere
pafyldning af kelemiddel.

= Brug kun veerktgj, der passer til det kglemiddel, som anvendes i
systemet, for at opretholde trykket og for at hindre, at
fremmedlegemer traenger ind i systemet.

= Pafyld flydende kalemiddel pa felgende made:

Hvis Sa

A ADVARSEL

Under test ma produktet ALDRIG szettes under hgjere tryk
end det maksimalt tilladte tryk (som angivet pa enhedens
typeskilt).

A ADVARSEL

Tag tilstraekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
kelemiddel. Hvis der opstar leekage af kalemiddelgas, skal
omradet straks udluftes. Mulige risici:

= For hgje kglemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
fore til iltmangel.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis keglemidlet kommer
i kontakt med ild.

Pafyldning med opretstaende
cylinder.

Der findes en heevertslange
(dvs. at cylinderen er maerket
med "Liquid filling siphon
attached" / "monteret haevert til
vaeskepafyldning")

I

Der findes IKKE en haevertslange |Pafyldning med cylinderen drejet

omkring.

= Pafyld kelemidlet i vaeskeform. Pafyldning i gasform kan hindre
normal drift.

= Man skal abne kglemiddelcylindre langsomt.
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

A

PAS PA

Efter afslutning af péafyldning, eller nar du holder pause,
skal du lukke ventilen pa kelemiddelbeholderen med det
samme. Hvis IKKE ventilen lukkes med det samme, kan
resterende tryk pafylde ekstra kelemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert meengde kglemiddel.

124

Brine

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatgrvejledningen for anvendelsen.

A

ADVARSEL

Valget af brine SKAL veere i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

A

ADVARSEL

Tag tilstreekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
brine. Hvis der opstar laekage af brine, skal du straks
udlufte omradet og kontakte din lokale forhandler.

A

ADVARSEL

Den omgivende temperatur inde i enheden kan blive
meget hgjere end i rummet, f.eks. 70°C. Ved leekage af
brine kan varme dele inde i enheden skabe en farlig
situation.

A

ADVARSEL

Brug og installation af programmet SKAL overholde de
sikkerheds- og miljgmaessige foranstaltninger, der er
angivet i gaeldende lovgivning.

A ADVARSEL

Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsinstallationen pa brugsstedet er i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

= Al ledningsfering pa brugsstedet SKAL udfgres i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.

= Kabelbundter ma ALDRIG presses sammen, og du skal
sgrge for, at de ikke kommer i kontakt med rgr og
skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Sorg for at installere en jordledning. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stadstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldstaendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

= Sgrg for at bruge en seaerskilt stremkreds. Brug ALDRIG
en strgmforsyning, der deles med et andet apparat.

= Serg for at installere de pakreevede sikringer eller
afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstramsafbryder. | modsat
fald kan der opsta elektrisk sted eller brand.

= Ved installation af fejlstreamsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstramsafbryderen aktiveres ungdigt.

1.2.5

Vand

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatgrvejledningen vedrgrende dit anlaeg.

®

BEMARK

Serg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

A PAS PA

Nar du tilslutter stremforsyningskablet, skal du etablere
jordforbindelsen, fer du tilslutter de spesendingsfgrende
ledere. Nar du afbryder stremforsyningskablet, skal du
afbryde de stremforende ledninger, for du afbryder
jordforbindelsen. Lengden pa lederne  mellem
strgmforsyningskablets binder og selve klemraekken skal
veere sadan, at de spaendingsferende ledere strammes for
jordlederen, hvis stremforsyningskablet treekkes fri af
kabelbinderen.

1.2.6

Elektrisk

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Sla al stremforsyning FRA, fer du fjerner el-boksens
deeksel, der forbinder elektriske ledninger, eller rgrer
ved elektriske dele.

= Afbryd stremforsyningen i mere end 1 minut, og mal
spaendingen over terminalerne pa hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter for
servicering. Speendingen SKAL veere mindre end
50 V DC, fer du kan rgre ved elektriske komponenter.
Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade
haender.

= Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

ADVARSEL

Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsferingen ved
overspaending i henhold til relevant lovgivning

(overspeendingskategori 1), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.

@ BEMARK

Forholdsregler ved fering af stramfgrende ledninger:
( () won @

= Forbind IKKE ledninger med forskellig tykkelse med
den samme stromfgrende klemraekke (hvis ikke
stremferende ledninger sidder fast, kan det forarsage
unormal varmedannelse).

= Se figuren ovenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.

= Brug egnede stremforsyningsledninger til
ledningsfering og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemraekken ikke udsaettes for ekstern belastning.

= Brug en passende skruetraekker til stramning af
terminalskruerne. En skruetreekker med et lille hoved vil
ogdelaegge terminalskruen, som sa ikke kan speendes
korrekt.

= Hvis man speender terminalskruerne for hardt, kan de
blive gdelagt.

Installatgrvejledning
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2 Om dokumentationen

ADVARSEL

= Efter udferelsen af det elekiriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.

= Sorg for, at alle daeksler er lukket, for enheden startes
op.

@ BEM/ERK

Kun geeldende, hvis stremforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
stremsvigt, eller hvis streammen kommer og gar, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive gdelagt.

2 Om dokumentationen

2.1 Om dette dokument

Malgruppe

Autoriserede installatagrer

INFORMATION

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og pa garde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Dokumentationsseet

Dette dokument er en del af et dokumentationsseet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL lzese for installation
= Format: Papir (i kassen til udendersenheden)
= Installationsvejledning for udendersenhed:
= Installationsvejledning
= Format: Papir (i kassen til udendersenheden)
= Installatervejledning:
= Forberedelse af installationen, referencedata,...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseettelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

2.2 Oversigt over
installatervejledningen

Afsnit

Generelle Sikkerhedsanvisninger, som du skal
sikkerhedsforanstaltninger |laese for installation

Beskrivelse

Afsnit Beskrivelse

Om dokumentationen Denne dokumentation er til radighed for

installatgren

Om kassen Sadan pakkes enhederne ud, og sadan

fiernes tilbehgret

Om enheden og tilbehgr |= Sadan identificerer man enhederne

= Mulige kombinationer af enheder og
tilbeher

Forberedelse Hvad skal man foretage sig og vide, for

man pabegynder installationen

Installation Hvad skal man foretage sig og vide for

at kunne installere systemet

Hvad skal man foretage sig og vide for
at kunne tage systemet i brug efter endt
installation

Ibrugtagning

Overdragelse til brugeren |Hvad skal man overdrage til brugeren,
og hvad skal man forklare brugeren

Vedligeholdelse og
service

Sadan vedligeholdes enhederne

Fejlfinding Hvad skal man foretage sig, hvis der er

problemer

Bortskaffelse Sadan bortskaffer man systemet

Tekniske data Specifikationer for systemet

Ordliste Definition af betegnelser

3 Om kassen

3.1 Oversigt: Om kassen

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig, nar kassen med
udendgrsenheden er blevet leveret pa brugsstedet.

Det indeholder oplysninger om:

= Udpakning og handtering af enheden
= Fjernelse af tilbehgr fra enheden
Veer opmaerksom pa falgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, nar den leveres.
Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked
om eventuelle skader.

= Anbring den emballerede enhed sa tet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden indenfor, i
forvejen.

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-serien
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3 Om kassen

3.2 Udendgrsenhed

3.21 Sadan pakkes udendgrsenheden ud

3.2.2 Sadan handteres udendgrsenheden

PAS PA

For at undga personskade ma du IKKE rgre ved
luftindtaget eller enhedens aluminiumsfinner.

Baer enheden langsomt som vist:

@ BEMARK

Kleedet inde i det venstre handtag har til formal at sikre, at
man ikke skeerer sig i handen pa enhedens
aluminiumslameller.

Fijern FORST kleedet, nar enheden er fuldstendig
monteret:

3.2.3 Sadan fjernes tilbehoret fra
udendgrsenheden
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Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Installationsvejledning for udendgrsenhed
Kabelklemme

Meerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor

Meerkat for ekstra pafyldning af kelemiddel
Tilleeg (LOT21)

Veeskergr — langt

Veeskergr — kort

Veaeskergr — bgjet

Gasrar — kort

Gasrer — langt

Gasror — bgjet

a
b
c
d

_ R — -, @Q D

3.3 Fjernelse af transportlasen

BEMAERK

Hvis enheden anvendes med monterede transportlas, kan
der forekomme unormal vibration eller stgj.

Transportlasen beskytter enheden under transport. Transportlasen
skal fiernes, nar enheden installeres.

Forudsaetning: Abning af servicedaekslet. Se "6.2.2 S&dan &bnes
udendgrsenheden” [» 14].

[
425 [ (10N-m)

m\\\\Q\\
LA\

o
U
5

a Motrik
b Transportlas
¢ Afstandsstykke

1 Fjern metrikken (a) pa kompressorens monteringsbolt.
Fjern og bortskaf transportlasen (b).

Fjern og bortskaf afstandsstykket (c).

Installatgrvejledning
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4 Om enheden og tilbehor

4 Montér metrikken (a) til kompressorens monteringsbolt, og
spaend den med 10 Nem.

4 Om enheden og tilbehor

41 Oversigt: Om enheden og tilbehar

Dette afsnit indeholder oplysninger om:
= Identificering af udendgrsenheden

= Kombination af udendgrsenheden med ekstraudstyr
4.2 Identifikation

@ BEM/AERK

Ved installation af eller service pa flere enheder samtidig
ma der IKKE tendes for servicepanelerne mellem
forskellige modeller.

4.21 Identifikationsmeerkat: Udendgrsenhed
Sted

":I

Modelidentifikation
Eksempel: R Z A 250 D7 Y1 B []

Kode Forklaring
R Luftkalet opdelt udendarsenhed
4 Inverter
A Kglemiddel R32
200~250 Kapacitetsklasse
D7 Modelreekke
Y1 Stremforsyning: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Europa
[*] Visning af mindre modelaendring

4.3 Kombination af enheder og
muligheder

4.31 Muligt tilbehor til udendarsenheden

Sat med koleforgreningsrer

Ved tilslutning af flere indendarsenheder til udendersenheden skal
du bruge et eller flere saet med kaleforgreningsrer. Kombinationen af
udendgrs- og indendgrsenheder afger, hvilke og hvor mange saet
med kgleforgreningsrer, der skal anvendes.

Opbygning Modelbetegnelse
Dobbelt KHRQ22M20TA
Tredobbelt KHRQ250H7
2x dobbelt KHRQ22M20TA (3x)

Fa vyderligere oplysninger om valg i
installationsvejledningen  til  seettet med
vedrgrende anvisninger om montering.

Bundpladevarmer (EKBPH250D7)

= Forhindrer, at bundpladevarmeren fryser til.

katalogerne. Se
kaleforgreningsrer

= Anbefales i omrader med lav omgivende temperatur og hgj
luftfugtighed.

= Se installationsvejledningen til bundpladevarmeren vedrgrende
anvisninger om montering.

Demand-adapter printkort (KRP58M51)

= Bestil ogséa EKMKSA3 demand-adaptor monteringspladen il
fastgerelse af demand-adaptor printkortet.

= Kan anvendes til fglgende:
= Stgjdeempet: Til reduktion af driftsstgjen fra udendgrsenheden.

= |-demand funktion: Reduktion af effektforbruget fra systemet
(eksempel: budgetstyring, begreensning af stremforbrug i
perioder med spidsbelastning...).

= Se installationsvejledningen til demand-adaptersaettet vedrgrende
anvisninger om montering.

5 Forberedelse

5.1 Oversigt: Forberedelse

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, far man
pabegynder monteringen.

Det indeholder oplysninger om:

= Klargering af installationsstedet

= Klargering af kglergr

= Klarggring af elektriske ledninger

5.2 Klargering af installationsstedet

Installér IKKE enheden pa steder, der hyppigt benyttes som
arbejdspladser. Hvis der udfgres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor
der dannes en maengde stav, SKAL man daekke enheden til.

Veelg et installationssted, hvor der er plads nok til, at enheden kan
baeres ind i og ud fra stedet.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

5.21 Krav til udendersenhedens
installationssted

INFORMATION

Lees ogsa felgende krav:

= Generelle krav til installationssted. Se afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

= Pladskrav vedr. servicearbejde. Se afsnittet "Tekniske
data".

= Krav til kelergr (laengde, hgjdeforskel). Se endvidere
afsnittet "Klargaring”.

A PAS PA

Der ma ikke veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke vaere direkte
adgang til udstyret.

Denne enhed, bade indenders og indenders, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-serien
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5 Forberedelse

@ BEM/ERK

Udstyret, der beskrives i denne manual, kan danne
elektrisk stgj pa grund af hgjfrekvent energi. Udstyret lever
op til forskrifter vedrgrende en fornuftig beskyttelse mod
denne stgj. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme stgj ved nogle installationer.

Det anbefales derfor, at man installerer udstyr og elektriske
ledninger med en vis afstand til stereoanleeg, pc'er osv.

mir©

Fejlstromsafbryder
Sikring
Udendgrsenhed
Indendgrsenhed
Brugerinterface

Pc eller radio

-0 Q0 T

= Pa steder med darlig modtagelse skal man holde en afstand pa
3 m eller mere for at undga elektromagnetiske forstyrrelser fra
andet udstyr, og man skal bruge kabelrgr til stramforsyningskabler
og transmissionsledninger.

= Veelg et sted, hvor regn for sa vidt muligt kan undgas.

= Serg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfeelde af en laekage.

= Veelg en placering, hvor lyden af den varme/kolde Iuft, der ledes
ud fra enheden, og driftsstgjen IKKE generer nogen.

= Varmevekslerens finner er skarpe og kan forarsage personskade.
Veelg et installationssted, hvor der ikke er risiko for personskade
(iseer i omrader, hvor bgrn leger).

Enheden ma IKKE installeres pa faelgende steder:

= Stejfelsomme omrader (f.eks. i naerheden af et soveveerelse),
hvor stgj fra driften kan give problemer.
Bemeerk: Hvis stgjniveauet males under  faktiske
installationsbetingelser, vil den malte veerdi veere hgjere end
lydtrykket anfert i Lydspektrum i databogen pa grund af stgj fra
omgivelserne og stgjrefleksion.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i
atmosfeeren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medfere vandlaekage.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa falgende steder, da det
kan forkorte enhedens levetid:

= Huvis der er store spaendingsudsving
= | kgretgjer eller pa skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

Installation teet pa havet. Udendersenheden ma IKKE udseettes for
vind, som kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion pa grund
af hgijt saltindhold i luften, da det kan forkorte enhedens levetid.

Montér udendgrsenheden afskeermet mod vind, som kommer
direkte fra havet.

Eksempel: Bag bygningen.

H HHBHHA

Hvis udendgrsenheden pavirkes af vind, som kommer direkte fra
havet, skal man montere en vindskaerm.

= Hgjde pa vindskeerm=1,5xhgjden pa udendgrsenheden

= Veer opmeerksom pa pladskrav til servicearbejde ved montering
af vindskaermen.

d
c

H HHBHBA

[T

Vind fra havet
Bygning
Udendgrsenhed
Vindskaerm

o0 T

Kraftig vind (218 km/t), som bleeser mod udendgrsenhedens
luftudgang, forarsager kortslutning (sugning af afgangsluft). Dette
kan medfare:

= forringet driftskapacitet
= hyppig frostdannelse ved opvarmning
= driftsafbrydelser pa grund af faldende lavt tryk eller gget hgijt tryk

= en defekt ventilator (hvis der konstant bleeser kraftig vind pa
ventilatoren, kan den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den
gar i stykker).

Det anbefales at installere en sksaermplade, nar Iluftudgangen
udseettes for vind.

Det anbefales at installere udendgrsenheden med luftindgangen
vendt ind mod vaegge, sa den IKKE udseettes direkte for vind.

a Prelplade
b Fremherskende vindretning
¢ Luftafgang

Installatgrvejledning
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5 Forberedelse

5.2.2 Yderligere krav til udendgrsenhedens
installationssted i koldt klima

Beskyt udendegrsenheden mod direkte sne, og serg for, at
udendgrsenheden ALDRIG sner til.

Snedaekke eller skur

Forhgjning (min. hgjde=150 mm)
Fremherskende vindretning
Luftafgang

Q0T

Sne kan hobe sig op og fryse mellem varmeveksleren og enhedens
kabinet. Dette kan reducere systemets ydelse. For anvisninger i
hvordan dette forhindres (efter montering af enheden) henvises til
"6.3.5 Dreening" [» 15].

5.3 Forberedelse af koleror

5.31 Krav til keleror

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

Ved tilslutning af flere indendgrsenheder til udendarsenheden skal
du veere opmeerksom pa falgende:

Der kraeves et eller flere seet med
koleforgreningsrar. Se "4.3.1 Muligt tilbehar
til udendgrsenheden" P 9].

Saet med
kaleforgreningsror

Rarfgring opad og Rarfgringen bgr kun udfgres opad og nedad
nedad pa hovedrgret (L1).

Forgreningsrer = Montér forgreningsrgrene horisontalt (med
en maks. heeldning pa 15°) eller vertikalt.

= Leengden pa forgreningsrar pa
indendarsenheden bgr veere sa kort som
muligt.

= Leengden pa forgreningsrar til
indendgrsenheden bgr vaere ens.

@ BEMARK

Rer og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kolemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kglemidler.

= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.

Definitioner: L1~L7, H1, H2
Par® Dobbelt®

: B

N

Tredobbelt® 2 x dobbelt®

27 u

H1
—
N
H1

(a) Ga ud fra, at den leengste linje pa billedet svarer til det
faktiske leengste ror, og at den hgjeste enhed pa billedet
svarer til den faktiske hgjeste enhed.

L1 Hovedrer

L2~L7 Forgreningsrer

H1 Hegjdeforskel mellem den hgjeste indendersenhed og
udendgrsenheden

H2 Hgjdeforskel mellem den hgjeste og den laveste
indendgrsenhed

(m] Kgleforgreningsrer

Kolergrsmateriale

= Rermateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.

= Haerdningsgrad for rer og vagtykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse (t)®
diameter ()
6,4 mm (1/4") Udgladet (O) >0,8 mm 2
9,5 mm (3/8") \@l
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Udgledet (O) 21,0 mm
22,2 mm (7/8")  |Halvhardt (1/2H)

(a) Afheengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det
veere ngdvendigt at anvende rgr med en starre
veegtykkelse.

Diameter koleror

Diameteren pa kelergr skal overholde falgende krav:

Reor Diameter

L1 (par, dobbelt, tredobbelt,
dobbelt par)

Se nedenfor.

L2,L3 (dobbelt)
L2~L4 (tredobbelt)
L4~L7 (dobbelt par)

Brug samme diameter som pa
forbindelserne (vaeske, gas) pa
indendgrsenhederne.

L2,L3 (dobbelt par) Veeskergr: 39,5 mm

Gasrgr: @22,2 mm

L1 (par, dobbelt, tredobbelt, dobbelt par):

Model Ny@/ L1 vaeskerer L1 gasrer
Eksisterende®

RZA200+250D7 |Standard @9,5 mm @22,2 mm

Starrelse op @12,7 mm @25,4 mm

RZA200+250D7Y1B
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5 Forberedelse

(a) Nar man installerer nye rer, skal man anvende samme (b)  Nar man genbruger eksisterende rer, kan man bruge
diametre som pa forbindelserne pa udendgrsenhederne starre diameter, men kapaciteten kan falde, og kravene til
(dvs. standard diametre for vaeske- og gasrar). rerlaengderne er strengere. Foretag en bedgmmelse af

disse begraensninger i forhold til den samlede installation.

Kolergrslaengde og hgjdeforskel

Rearleengderne og hgjdeforskellene skal overholde falgende krav:

Krav Graense

N

Minimum total envejs rerleengde Par: GreensesL1 5m®
Dobbelt: GraensesL1+L3
Tredobbelt: Greense<L1+L4

2 x dobbelt: GraensesL1+L3+L7

2 |Maks. total rgrleengde Par: L1=greense @ standard 100 m
Dobbelt: L1+L2+L3<graense O starre storrelse pa gasrer 100 m
Tredobbelt: L1+L2+L3+L4<greense | D sterre starrelse pa vaeskerar 50 m
2 x dobbelt:
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7<greense

3 |Maks leengde pa grenrgr Dobbelt og tredobbelt: L2<graense 20 m
2 x dobbelt: L2+L4<greense

4 |Maks. forskel mellem lzengde pa forgreningsrer  |Dobbelt: L2-L3<graense 10m
Tredobbelt: L2-L4<greense 10m
2 x dobbelt: 10m

= L2-L3<greense
= L4-L5=<greense
= L6-L7<greense
= (L2+L4)—(L3+L7)=greense
5 |Maks. hgjde mellem indendgrs og udendars Par, dobbelt, tredobbelt og dobbelt par: H1<greense 30m

6 |Maks. hgjde mellem indenders Dobbelt, tredobbelt og dobbelt par: H2<graense 0,5m

(a) Narrarleengden er <5 m, skal der skiftes kalemiddel pa enheden. Hvis afstanden mellem indenders- og udendgrsenheden er mindre end 5 m,
skal rerlaengden stadig vaere mere end 5 m, som kan opnas ved at bgje rarene.

Eksempel
Hvis system-konfigurationen er som falger... Sa er kravene...
= Tredobbelt: 1  |5msL1+L4
L2 Q 2 |L1+L2+L3+L4<100 m
<
L3 3 |L2<20m
¢ 4 |L2-L4<10m
T L4 Q 5 |H1=30m
6 |H2<0.5m
g
= @ standard
Hvis der bruges vaeskergr i overstgrrelse, skal indendgrsenheden 5.3.2 Isolering af koleror

installeres pa et lavere sted end udendgrsenheden.
= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

D = med en varmeoverfgrselshastighed pa mellem 0,041 og
K 0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)
f | = med en varmemodstand pa mindst 120°C
= Isoleringstykkelse
Omgivende Luftfugtighed Minimum tykkelse
@ temperatur
S <30°C 75% til 80% relativ 15 mm
o luftfugtighed
>30°C 280% relativ 20 mm
luftfugtighed
Installatervejledning DAIKIN RZA200+250D7Y1B
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5 Forberedelse

54 Forberedelse af de elektriske
ledninger

5.4.1 Om forberedelse af de elektriske
ledninger

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

=

INFORMATION

Lees ogsa "6.8.5 Specifikationer for
standardledningskomponenter” [» 25].

A ADVARSEL

= Hvis streamforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive gdelagt.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstrem eller
en  jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

=

= Installer de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rar,
iseer i hgjtrykssiden.

* Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertradede  ledninger,  forleengerledninger  eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forarsage
overophedning, elektrisk stad eller brand.

= Installer IKKE en fasefarende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En fasefgrende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forarsage
ulykker.

ADVARSEL

= Al ledningsfering SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

RZA200+250D7Y1B DAIKIN
Sky Air Advance-serien
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6 Installation

6 Installation

6.1 Oversigt: Installation

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, fer man
installerer systemet pa brugsstedet.

Typisk arbejdsgang

Installation bestar typisk af falgende trin:

= Montering af udendgrsenheden.

= Montering af indendgrsenhederne.

= Tilslutning af kelergar.

= Kontrol af kglergr.

= Pafyldning af kelemiddel.

= Tilslutning af el-ledninger.

= Feerdiggerelse af udenders installation.

= Feerdiggerelse af indendgrs installation.

INFORMATION

Se indendgrsenhedens installationsvejledning vedrgrende
installation af indendgrsenheden (montering, tilslutning af
kelergr og af el-ledninger til indendgrsenheden).

6.2  Abning af enhederne

6.2.1 Om abning af enhederne

Pa visse tidspunkter er du ngdt til at abne enheden. Eksempel:
= Ved tilslutning af kelergr
= Ved tilslutning af de elektriske ledninger

= Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma |IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

B

o
N
N

Sadan abnes udendgrsenheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

il

%/

\/
S
~

NS

6.3 Montering af udendersenheden

6.3.1 Om montering af udendgrsenheden

Typisk arbejdsgang

Montering af udendgrsenheden bestar typisk af fglgende trin:
1  Forberedelse af installationen.

Installation af udendgrsenheden.

Etablering af dreen.

Sikring af, at enheden ikke kan veelte.

a B~ wWwN

Beskyttelse af enheden mod sne og vind gennem montering af
en afskaermning mod sne og af prelplader. Se "Forberedelse af
installationssted" i "5 Forberedelse" [» 9].

6.3.2 Forholdsregler ved montering af
udendgrsenheden

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i falgende afsnit:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

6.3.3 Forberedelse af installationen

Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet, sa
enheden ikke vil frembringe vibration eller stgj.

Fastger enheden forsvarligt med fundamentskruerne i
overensstemmelse med fundamenttegningen.

Forbered 4 seet forankringsbolte, matrikker og skiver (medfalger
ikke) pa felgende made:

(mm)
a Pas pa ikke at tildeekke aflgbshullerne i enhedens
bundplade.

INFORMATION

Den anbefalede hgjde af gverste del af boltene, der stikker
ud, er 20 mm.

jjjﬁﬁ
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6 Installation

@ BEM/ERK

Fastger udendersenheden til funderingsboltene med
meotrikker med laseskiver (a). Hvis overfladebehandlingen
er fiernet i tilspeendingsomradet, ruster metallet let.

[

6.3.4 Sadan installeres udendgrsenheden

6.3.5 Draening

= Sgrg for, at kondensvandet kan Igbe korrekt ud.

= Installer enheden pa en sokkel for at sikre korrekt aflob, sa
ophobning af is undgas.

= Klarger en aflgbskanal omkring fundamentet til aflgb af spildevand
omkring enheden.

= Undga, at aflebsvandet Igber ud over gangomrader, der ellers kan
blive glatte ved omgivende temperatur under frysepunktet.

= Hvis du installerer enheden pa en ramme, skal du montere en
vandteet plade 150 mm fra enhedens underside for at forhindre, at
der treenger vand ind i enheden, og for at undga, at aflebsvandet
drypper (se billedet nedenfor).

INFORMATION

Om ngdvendigt kan du anvende en aflgbsbakke med en
bundprop (medfglger ikke) for at undgd, at dreenvand
drypper.

@ BEMAERK

Hvis enheden IKKE kan installeres fuldsteendig, skal du
altid sgrge for, at haldningen vender mod enhedens
bagside. Dette er ngdvendigt, sa der kan draenes korrekt.

@ BEMARK

Hvis draenhullerne pa udendgrsenheden er daekket af et
monteringselement eller af underlaget, skal du haeve
enheden, sa der bliver en afstand pa mere end 150 mm
under udendgrsenheden.

Aflgbshuller (mal i mm)

Udlgbsside

Afstand mellem forankringspunkterne
Bundramme

Aflgbshuller

Forberedte huller til sne

moow>

Sne

| omrader med snefald, kan sne hobe sig op og fryse mellem
varmeveksleren og enhedens kabinet. Dette kan reducere systemets
ydelse.

INFORMATION

Vi foreslar installation af den valgfri bundpladevarmer
(EKBPH250D7), nar enheden installeres i koldt klima.

6.3.6 Sadan forhindres udendersenheden i at
vaelte

Hvis enheden installeres pa et sted, hvor steerk vind kan vippe
enheden, ber der traeffes fglgende forholdsregler:

1 Klarger 2 kabler som vist pa billedet nedenfor (medfelger ikke).
2 Anbring de 2 kabler over udendgrsenheden.

3 Indsaet en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden
for at forhindre, at kablerne skraber lakeringen (medfalger ikke).

4 Fastger enderne af kablerne, og stram dem.

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-serien
4P573383-1 —2019.04
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12 Tekniske data

tilslutning af ledninger til X6A, X15A og X77A.

D Akkumulator 3 Se kombinations-tabellen og driftsvejledningen vedrgrende
4 Farver: BLK: sort, RED: rgd, BLU: bla, WHT: hvid, GRN: gren

A Rearfaring pa brugssted (vaeske: 99,5 mm
sammenklemt rgr) (4) Forklaring
B Rerfgring pa brugssted (gas: @25,4 mm Engelsk Overszttelse
sammenklemt ror) Legend Forklaring
—— Opvarmning Optional Ekstraudstyr
—— Kgling Part n° Del-nr.
Description Beskrivelse
124 Ledningsdiagram: Udendgrsenhed A1P Printkort (primzere)
Ledningsdiagrammet leveres med enheden, og det sidder pa A2P Printkort (stgijfilter)
indersiden af servicedeekslet. A3P Printkort (inverter)
(1) Tilslutningsdiagram A4P Printkort (ventilator)
Engelsk Oversattelse A5P * Printkort (krav)
Connection diagram Tilslutningsdiagram C503, C506 C507 Kondensator
Only for *** Kun il *** (A3P)
See note *** Se bemaerkning *** DS1,DS2 (A1P) DIP-omskifter
Outdoor Udendars E1H *  Bundpladevarmer
Indoor Indendgrs E1HC Krumtaphusopvarmer
Upper EEV Qverste elektroniske F1U (A1P) Sikring (T 3.15 A 250 V)
ekspansionsventil F8U, FOU *  Sikring (F)
Lower EEV Nederstg eIektror_‘liske F101U (A4P) Sikring
ekspansionsventi F101U, F102U (A2P)  Sikring
Fan Ventilation F601U (A3P) Sikring
ON i HAP (A1P, A3P, Lysdiode (servicemonitor grgn)
OFF FRA A4P)
(2) Layout K1R (A1P) Magnetrelee (Y2S)
Engelsk Oversattelse K3R (A3P) Magnetrelee
Layout Opbygning K3R (A1P) Magnetrelee (Y3S)
Front Forside K5R (A1P) Magnetrelee (E1HC)
Left Venstre K7R (A1P) Magnetrelee (E1H)
Back Tilbage L1R Reaktor
Position of compressor terminal |Position for kompressorterminal M1C Kompressormotor
(3) Bemzerkninger M1F Blaesermotor
Engelsk e PS (A1P,A3P) Stremforsyning med omformer
Notes Bemaerkninger Q1DI Fejlstramsafbryder
4 Tilslutning Q1LD (A1P) Fejlstremsafbryder
X1M Indendgrsenhed/udendgrsenhed RIT (A1P) Termomodstand (luft)
kommunikation R2T Termomodstand (afgangsrer)
. Jordforbindelse R3T Termomodstand (sugerer)
——————— Medfglger ikke R4T Termomodstand (varmeveksler udgang)
@ Jordforbindelse RST Termomodstand (varmeveksler
K Ledning pa stedet forgrening)
e R6T Termomodstand (veeskergar)
N | Ledningsfering afhaengigt af )
model R7T Termomodstand (M1C basisdel)
Valg R24 (A4P) Modstand (stremfgler)
El-boks R300 (A3P) Modstand (stremfaler)
Printkort S1PH Hajtrykskontakt
S1PL Lavtrykskontakt
Bemeerkninger: SEG1~SEG3 (A1P) 7-segment-display
1 Se meerkaten med ledningsdiagrammet (p& bagsiden af T1A Stremfaler
:cc;:ttgll(?:fn) vedrgrende brug af BS1~BS3 og DS1+DS2 V1D (A3P) Diode
2 Enhedere S1PH og S1PL ma ikke kare med kortsluttede VIR (A3P, A4P) Diodemodul
beskyttelsesindretninger. X*A Stik
RZA200+250D7Y1B DAIKIN Installatarvejledning
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X*M Terminalblok

Y1E Elektronisk ekspansionsventil (primaer)

Y2E Elektronisk ekspansionsventil
(indsprgjtning)

Y2S Magnetventil (4-vejs ventil)

Y3S Magnetventil (trykudligning)

Z*C Stgjffilter (ferritkerne)

Z1F Steffilter

12.5 Pakrzaevet information vedr. Eco

design
Folg trinene nedenfor og se energimzerkaten — Lot 21 data for
enheden og udendgrs/indendgrs kombinationer.
1 Gatil felgende webside: https://energylabel.daikin.eu/
2 For at fortseette, veelg:

= "Continue to Europe" for at ga til det internationale websted.
= "Other country" for et landespecifikt websted.

Resultat: Du ledes til "Seasonal efficiency" websiden.

3 Under "Eco Design — Ener LOT 21", skal du klikke pa
"Generate your data".

Resultat: Du ledes til "Seasonal efficiency (LOT 21)" websiden.

4 Folg instruktionerne pa websiden for at veelge den korrekte
enhed.

Resultat: Efter endt valg kan LOT 21 databladet blive vist som en
PDF eller en HTML webside.

INFORMATION

Andre dokumenter (f.eks. manualer...) kan ogsa ses pa
den viste webside.

13 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autoriseret installator
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Gealdende lovgivning
Alle internationale, europeeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfare eller koordinere den
ngdvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.

Vedligeholdelsesinstruktioner
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og/eller vedligeholder
produktet eller anvendelsen.

Tilbehor
Meerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfglgende dokumentation.

Medfolger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.
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