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1 Generelle sikkerhetshensyn

= Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er
beskrevet i installeringshandboken og i referanseguiden for
montgrer, MA utfgres av autorisert installater.

111 Betydning av advarsler og symboler

A FARE

Angir en situasjon som fgrer til ded eller alvorlig
personskade.

FARE: ELEKTRISK ST@T
Angir en situasjon som kan fare til elektrisk stat.

B

FARE: BRENNSKADER

Angir en situasjon som kan fere til brannskader pa grunn
av ekstremt hgye eller lave temperaturer.

B

A LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,...) nar du monterer, vedlikeholder eller utferer
service pa systemet.

A ADVARSEL

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

FARE: BRENNSKADER

= IKKE ta pa kjelergrene, vannrgrene eller innvendige
deler under og rett etter bruk. De kan veere for varme
eller for kalde. Gi dem tid til & fa tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du ma bergre dem.

= IKKE bergr kjglemiddel som har lekket ut ved et uhell.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan fare til eksplosjon.

B

ADVARSEL

Angir en situasjon som kan fere til ded eller alvorlig
personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

A ADVARSEL

Ta ngdvendige forholdsregler for & forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, reyk eller brann.

A LIVSFARE

Du ma IKKE
aluminiumsribber.

bergre anleggets Iuftinntak eller

LIVSFARE

Angir en situasjon som kan fgre til mindre eller moderat
personskade.

MERKNAD

Angir en situasjon som kan fgre til materiell skade.

e BB P

INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symbol

]

=3
A

1.2 For montgren

Forklaring

Les i installerings- og driftshandboken samt
anvisningsarket for kabling fer du installerer.

Les i servicehandboken fgr du utfgrer
vedlikeholds- og serviceoppgaver.

Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montgrer og brukere.

1.2.1 Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER pa hvordan du monterer
eller betjener enheten.

@ MERKNAD

Hvis det gjeres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbeheor, kan det fore til elektrisk stgt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade pa utstyret. Bruk bare
tilbehar, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

A ADVARSEL

Sgrg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

MERKNAD

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppa enheten.

= Du ma IKKE sitte, klatre eller sta pa enheten.

MERKNAD

Arbeid pa utendersenheten ber utfares i terre vaerforhold
for & unnga vanninntrengning.

Ifolge gjeldende lovgivning kan det veere negdvendig & fere en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder...

| tillegg SKAL som et minimum fglgende informasjon oppgis pa et
tilgjengelig sted pa produktet:

= Instruksjoner for avstenging av systemet i et ngdstilfelle
= Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus

= Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstotte

| Europa gir EN378 den ngdvendige veiledningen for denne
loggboken.

1.2.2 Installasjonssted

= Sgrg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

= Sgrg for at installeringsstedet er solid nok til & baere vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.

= Kontroller at omradet er godt ventilert. Ventilasjonslukene ma
IKKE blokkeres.

= Serg for at enheten star plant.
IKKE installer enheten pa folgende steder:
= | potensielt eksplosive omgivelser.

= Pa steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
balger. Elektromagnetiske belger kan forstyrre styresystemet og
forarsake funksjonsfeil i utstyret.

= Pa steder der det er fare for brann pa grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig stov.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

= Pa steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrgr eller loddede deler kan
forarsake lekkasje av kjglemiddel.

Instruksjoner for utstyr som bruker kjglemedium
R32

Hvis det er aktuelt.

A ADVARSEL

Ma IKKE perforeres eller brennes.

* Bruk IKKE andre midler enn de som anbefales av
produsenten nar du vil fremskynde avisingen eller
rengjere utstyret.

= Husk at kjglemedium R32 IKKE avgir lukt.

= For innendgrsanlegg: Er anlegget takmontert, veggmontert
eller gulvmontert?

= For utendgrsanlegg som er installert eller som lagres
innenders, og lokalt rgropplegg i omrader uten ventilasjon,
avhenger dette av installeringshgyden:

Hvis installeringshoyden er |Sa skal du bruke grafen eller

tabellen for ...
<1,8 m Gulvmonterte anlegg
1,8sx<2,2 m Veggmonterte anlegg
22,2m Takmonterte anlegg

3 Bruk grafen eller tabellen til & fastsette minimum gulvareal.

(m?)

mln

530540 /
A ADVARSEL 0 7
Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk o
skade og i et godt ventilert rom uten fungerende 470480
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller 460 /
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift), og 450440
starrelsen pa rommet skal vaere som angitt nedenfor. e = /
40 a5
@ MERKNAD 0 S
30 S
> = Det skal IKKE benyttes brukte skjgteelementer. 370360 @b/
%
= Skjoter mellom deler i kjglemediesystemet i en 350340 S
installasjon skal veere tilgjengelige for vedlikehold. 2?2320 "7
A ADVARSEL w0
280
Pass pa at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon 270260
er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende 250
lovgivning (for eksempel nasjonale gassforskrifter), og at 230240
de utfgres av godkjent personell. a2
200
Krav til installeringsomradet 0
170
Q MERKNAD 50,0
140
= Rorsystemet skal beskyttes mot fysiske skader. 130120
= Installasjon av ragrsystem skal holdes til et minimum. “0100
90
80
A ADVARSEL 10 O
& - ounted L
Hvis utstyr inneholder kjglemedium R32, MA gulvarealet i 0 \lﬂ// ==
rom der utstyret er installert, betjenes og lagres, veere 30— mﬂa‘%
. o 20 | ——Tmounte i
sterre enn minimum gulvareal, som er angitt i tabellen 10 1 — 1 ceiling :
under A (m?). Dette gjelder for: O 8]22] 26| 5 |54 l38| 42| 45| 5 | 54|58 62|66| 7 |74] 78
. . . . 1224 28 32 36 44 48 52 56 64 68 72 76 som(kg)
= Innendgrsenhet uten faler for kjglemedielekkasje. Se i 1843 7.956
installeringshandboken for innendersenhet med foler
for kjslemedielekkasje
= Utendgrsenheter som er installert eller som lagres
innenders (f.eks. vinterhage, garasje, maskinrom)
» Rgrsystem i omrader uten ventilasjon
Slik fastsetter du minimum gulvareal
1 Fastsett total mengde pafylt kjglemedium i systemet
(= fabrikkfylt mengde kjglemedium @ + @ ekstra mengde pafylt
kjglemedium).
|!_Il_| Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 | o kg
GWP: xxx
Ly
|‘. L Y |kg
GWP xkg _|
000 tCO,eq
2 Fastsett hvilken graf eller tabell du skal bruke.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A,_,, (m*)  m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A, (m?)

<1.842 —— <1.842 —— <1.842——

1.843 —3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24——474 24—5.79 24—490
26—5.13 26—6.39 26—575
2.8——5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
32—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 3.6—123 3.6——110
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
4.0—101 4.0—151 4.0—136
42—11.2 42—16.7 42—150
44—123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48— 146 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 52—230
54——18.5 54—27.6 5.4—248
56——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——213 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2—327
6.4——259 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2——441
7.4—34.7 74—518 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——385 7.8—57.5 7.8——518

7.956——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Totalt pafylt kiglemedium i systemet
min  Minimum gulvareal

A,

(a) Ceiling-mounted unit (= takmontert anlegg)
(b) Wall-mounted unit (= veggmontert anlegg)
(c) Floor-standing unit (= gulvmontert anlegg)

1.23

Kjolemiddel

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade i
installeringshandboken eller installatgrens referanseguide.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Utpumping — kjolemedielekkasje. Hvis du vil utfere
utpumping pa systemet og det er lekkasje i
kjslemediekretsen:

= Du ma IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjglemediet fra
systemet i utendersanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjgrer.

= Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE ma kjere.

ADVARSEL

Kjolemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljget. Bruk en vakuumpumpe til @ temme
installasjonen.

MERKNAD

Etter at alle rarene er blitt koblet til, ma du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til & utfere en
gasslekkasjeregistrering.

MERKNAD

= Du ma IKKE fylle pa mer kjglemedium enn angitt
mengde, for ellers kan kompressoren bli gdelagt.

« Nar kjolemediesystemet skal apnes, MA kjslemediet
handteres i henhold til gjeldende lovgivning.

A

ADVARSEL

Sgrg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun
fylles kjglemedium etter at det er blitt utfart en lekkasjetest
og vakuumtarking.

@ MERKNAD

Serg for at installasjonen av kjglemiddelrgr overholder
gjeldende lovgivning. | Europa er EN378 den aktuelle
standarden.

Ved behov for ekstra pafylling, se anleggets merkeplate. Den
angir typen kjglemedium og ngdvendig mengde.

Enheten er fylt med kjglemedium fra fabrikken og enkelte
systemer krever kanskje ekstra pafylling av kjglemedium avhengig
av rgrstarrelser og -lengder.

Bruk kun verktgy som er beregnet for den typen kjglemedium som
brukes i systemet, for a sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.

Slik fyller du pa flytende kjglemedium:

Hvis Sa

®

MERKNAD

Sarg for at lokalt rgropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes
for belastninger.

A

ADVARSEL

Under testing ma du ALDRI trykksette produktet utover
maksimalt tillatt trykk (som angitt pa enhetens merkeplate).

Det finnes et hevertrgr

(dvs. sylinderen er merket med
"Vaeskepafyllingshevert tilkoblet")

Fyll pa sylinderen mens den er i
staende posisjon.

i

ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler i tilfelle kjglemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjglemiddelgass, ma du lufte omradet
umiddelbart. Mulige risikoer:

= Store mengder kjglemiddel i et lukket rom kan fare til
oksygenmangel.

= Det kan dannes giftige gasser hvis kjglemiddelgassen
kommer i kontakt med apen flamme.

Det finnes IKKE et hevertrgr

Fyll pa sylinderen mens den star

opp ned.

= Apne kjglemediesylindere sakte.

= Fyll pa kjglemedium i vaeskeform. Hvis det fylles p4 som gass,

kan dette forhindre normal drift.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

A

LIVSFARE

Steng ventilen til kjolemedietanken omgaende nar
pafyllingen av kjglemedium er fullfert eller hvis det tas en
midlertidige pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgaende,
kan gjenvaerende trykk medfere at det fylles pa ytterligere
kjglemedium. Mulige konsekvens: Feil
kjglemediummengde.

1.2.4

Saltopplesning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshandboken eller installaterens
oppslagsverk for ditt bruksomrade for mer informasjon.

A

ADVARSEL

Valget av saltopplgsningen MA veere i samsvar med
gjeldende lovgivning.

A

ADVARSEL
Ta ngdvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av
saltopplgsningen. Hvis det lekker ut saltopplgsning,

ventiler omradet umiddelbart og kontakt din lokale

forhandler.

A

ADVARSEL

Miljgtemperaturen inne i enheten kan bli mye hayere enn
den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltopplgsningslekkasje
kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.

A

ADVARSEL
= Bruk KUN kobberledninger.

= Pass pa at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

Alle lokale ledningsopplegg MA utferes i samsvar med
koblingsskjemaet som fglger produktet.

= Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sgrg for at de
IKKE kommer i kontakt med rgropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

= Serg for a installere jordingsledninger. Anlegget ma
IKKE jordes til vannrgr, innkoblingsdemper eller
telefonjording.  Ufullstendig jording kan medfere
elektrisk stot.

Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
stromkrets. Bruk ALDRI en strgmtilfarsel som deles
med annet utstyr.

= Sgrg for a montere ngdvendige sikringer eller

kretsbrytere.

= Sgrg for a installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjer
det, kan det fore til elektrisk stgt eller brann.

Ved installering av jordfeilbryteren ma det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som ma tale
hoyfrekvent elektrisk stgy) for & wunnga at
jordfeilbryteren slar ut i utide.

A

ADVARSEL

Bruk og installasjon av enheten ma overholde sikkerhets-
og miljgforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.

1.2.5

Vann

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade
installeringshandboken eller installatgrens referanseguide.

®

MERKNAD

Kontroller at
98/83 EC.

vannkvaliteten overholder EU-direktiv

1.2.6

Elektrisk

FARE: ELEKTRISK STOT

= Sla AV all stremforsyning fer du fierner panelet pa
bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller
bergrer elekiriske deler.

= Koble fra stremforsyningen i mer enn 1 minutt, og mal
spenningen pa terminalene pa hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter for
vedlikehold/service. Spenningen MA vaere mindre enn
50 V DC fgr du kan bergre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.

= IKKE bergr
hender.

elektriske komponenter med fuktige

= IKKE la enheten sta ubetjent nar servicedekselet er
fiernet.

A

LIVSFARE

Nar du kobler til stremtilfgrselen, ma jordingen veere lagt
opp for du oppretter stremferende tilkoblinger. Nar du
trekker ut strgmtilfgrselen, ma stremfgrende tilkoblinger
veere atskilt for jordingen. Lengden pa lederne mellom
festepunktet for stremledningen og selve rekkeklemmen
ma veere slik at de stremferende lederne strammes for
jordlederen i tilfelle stremledningen trekkes ut av
ledningsfestet.

MERKNAD

Forholdsregler ved legging av stremledninger:
VN
[ ] [ oo @

O X X

= IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for stremtilfgrsel (slakk i stremledningen kan fare til
unormal oppvarming).

= Folg figuren over nar du tilkobler ledninger av samme
tykkelse.

= Bruk angitt stremledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for a
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

= Bruk riktig skrutrekker til & stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjgre
det umulig & stramme skruene skikkelig.

= Overstramming av kontaktskruene kan gdelegge dem.

A

ADVARSEL

Hvis det IKKE ble installert pa fabrikken, MA det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en bergringsavstand pa alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori Ill.

ADVARSEL

= Nar det elektriske arbeidet er utfert, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

= Kontroller at alle deksler og lokk er lukket fgr du starter
opp enheten.

Referanseguide for installater
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2 Om dokumentasjonen

@ MERKNAD

Bare aktuelt hvis strgmforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en PA/AV-startmetode.

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strembrudd og streammen gar av og pa mens
produktet er i drift, kan du sette pa en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjgres med
reversert fase, kan det gdelegge kompressoren og andre
deler.

2 Om dokumentasjonen

2.1 Om dette dokumentet

Malpublikum

Autoriserte installatgrer

. INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller

oppleerte brukere i butikker, i lettindustrien og pa
bondegarder, eller til kommersiell bruk av ikke-
fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese for installering
= Format: Papir (i esken til utendgrsenheten)
= Installeringshandbok for utendersanlegg:
= Installeringsanvisninger
= Format: Papir (i esken til utendgrsenheten)
= Referanseguide for monterer:
= Forberedelser fgr installering, referansedata osv.

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan veere tilgjengelig pa
det regionale Daikin-webomradet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2.2 Rask oversikt over referanseguide
for installator

Kapittel Beskrivelse

Generelle
sikkerhetsanordninger

Sikkerhetsinstruksjoner du ma lese for
installering

Om dokumentasjonen Hva slags dokumentasjon finnes det for

installatgren

Om boksen Slik pakker du ut anleggene og fjerner

tilbehgret
= Slik identifiserer du anleggene

Om anleggene og

tileggsutstyret = Mulige kombinasjoner av anlegg og

tilleggsutstyr

Kapittel Beskrivelse
Forberedelse Hva du ma gjere og vite fgr du drar til
stedet
Installering Hva du ma gjere og vite for a installere
systemet
Ferdigstilling Hva du ma gjere og vite for a ferdigstille

systemet etter at det er installert

Overlevering til brukeren |Hva du ma gi til og forklare for brukeren

Vedlikehold og service Slik vedlikeholder og utfgrer du service

pa anleggene

Feilsgking Hva du ma gjgre hvis det oppstar
problemer

Kassering Slik kasserer du systemet

Tekniske data Spesifikasjoner for systemet

Ordliste Definisjon av termer

3 Om esken

3.1 Oversikt: om boksen

Dette kapitlet beskriver hva du méa gjore etter at esken med
utendgrsanlegget er levert til stedet.

Den inneholder informasjon om falgende:
= Pakke ut og handtere anlegget

= Fjerne tilbehgr fra anlegget

Ta hensyn til falgende:

» Ved levering MA det undersgkes om anlegget er skadet.
Eventuelle skader MA rapporteres umiddelbart til transporterens
klagebehandler.

= Bring den innpakkede enheten sa neer installeringsstedet som
mulig for & unnga at det oppstar skader under transport.

= Klargjer pa forhand den veien du vil anlegget skal fares inn.

3.2 Utendgrsanlegg

3.21 Slik pakker du opp utendgrsenheten

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-series
4P573383-1 — 2019.04
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4 Om enhetene og tilleggsutstyret

3.2.2 Slik handterer du utendgrsenheten

LIVSFARE

IKKE bergr Iuftinntaket eller aluminiumsribbene pa
anlegget, fordi det kan forarsake personskade.

Beer enheten sakte som vist:

@ MERKNAD

Stoffet pa innsiden av handtaket skal beskytte handen slik
at du ikke kutter deg pa aluminiumsribbene til anlegget.

Du skal KUN fierne stoffet nar anlegget er ferdig montert:

3.23 Slik fijerner du tilbeheor fra
utendorsanlegget

o
o

X

N i

£
[}
[

Generelle sikkerhetshensyn
Installeringshandbok for utendgrsanlegg
Kabelband

Etikett for fluoriserte drivhusgasser
Etikett for tilleggsfylling av kjglemedium
Tillegg (LOT21)

Veeskergrledning — lang
Veeskergrledning — kort
Veeskergrledning — bend
Gassrerledning — kort

Gassrgrledning — lang

Gassrgrledning — bend

—_ R @ 4D 20 T Q

3.3 Fjerne transportstotten

Forutsetning: Apne servicedekselet. Se "6.2.2 Slik apner du
utendgrsanlegget" [» 13].

7 N I
'Yl (10 N-m)
P
| 1L®
a /; /2/ = NE—
(=]
c—7 S N—
® 3@@ O
7 L — 6
A 0y O
b 8 ® ﬂ ®
B
a Mutter
b Transportstotte
¢ Avstandsstykke
1 Ta av mutteren (a) pa kompressorens festebolt.
2 Ta av og fijern transportstgtten (b).
3 Taav og fiern avstandsstykket (c).
4 Sett pa plass mutteren (a) pa kompressorens festebolt, og
stram til med et tiltrekkingsmoment pa 10 Nem.
4 Om enhetene og

tilleggsutstyret

4.1 Oversikt: om enhetene og
tilleggsutstyret

Dette kapitlet inneholder informasjon om falgende:

= Identifisere utendgrsanlegget

= Kombinere utendgrsanlegget med tilleggsutstyr

4.2 Identifikasjon

@ MERKNAD

Ved installering eller vedlikehold av flere enheter samtidig
ma du passe pa at du IKKE forveksler servicepaneler for
forskjellige modeller.

4.21 Identifikasjonsmerke: utendersenhet
Plassering
(e}
"il

Modellidentifikasjon
Eksempel: R Z A 250 D7 Y1 B [*]

Kode Forklaring
MERKNAD
R Luftkjelt, delt utendgrsanlegg
Hvis anlegget brukes med transportstotten pasatt, kan 7 Vekselrett
dette produsere unormal vibrasjon eller stay. eksefretter
] A Kjelemedium R32
Transportstgtten beskytter anlegget under transport. Den ma fjernes - -
under installeringen. 200~250 Kapasitetsklasse
D7 Modellserie
Referanseguide for installatgr DAIKIN RZA200+250D7Y1B
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5 Forberedelse

Kode Forklaring
Y1 Stromtilfgrsel: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Europeisk marked
[*] Angir mindre modellendring

4.3 Kombinere anlegg og
tilleggsutstyr

4.31 Mulig tilleggsutstyr for utendgrsenhet

Kjoslemediegrensett

Nar du kobler flere innendgrsanlegg til utendersanlegget, ma du ha
ett eller flere grenrarsett for kjslemedium. Kombinasjonen utendgrs/
innendgrs fastsetter hva slags og hvor mange grenrgrsett for
kjglemedium du trenger.

Oppsett Modellnavn
Tvilling KHRQ22M20TA
Trippel KHRQ250H7
Dobbel tvilling KHRQ22M20TA (3x)

Se i katalogene hvis du vil ha mer informasjon om alternativene. Du
finner installeringsanvisninger i installeringshandboken  for
grenrgrsettet for kjglemedium.

Bunnplatevarmer (EKBPH250D7)
= Forhindrer tilfrysing av bunnplaten.

= Anbefales pa omrader med lav omgivelsestemperatur og hay
luftfuktighet.

= Du finner installeringsanvisninger i installeringshandboken for
bunnplatevarmeren.

Kretskort for demand-adapter (KRP58M51)

= Bestill ogsa festeplaten for demand-adapteren EKMKSA3 for a
kunne feste kretskortet for demand-adapteren.

= Kan brukes til fglgende:
= Liten stgy: Reduserer driftsstgyen fra utendgrsanlegget.

= Funksjonen I-demand: Begrenser strgmforbruket fra systemet
(for eksempel budsjettstyring, begrense stremforbruket nar det
brukes mye ...).

= Du finner installeringsanvisninger i installeringshandboken for
demand-adaptersettet.

5 Forberedelse

5.1 Oversikt: klargjering

Dette kapitlet beskriver hva du ma gjgre og vite fer du drar til stedet.
Det inneholder informasjon om fglgende:

= Klargjgre installeringsstedet

= Klargjore kjglemediergrene

= Klargjgre de elektriske ledningene

5.2 Klargjere installeringsstedet

IKKE installer enheten pa steder som ofte brukes som arbeidsplass.
| tilfelle bygningsarbeid (f.eks. slipearbeid) der det dannes mye stav,
MA enheten dekkes til.

Velg et installeringssted med tilstrekkelig plass til & transportere
enheten inn og ut.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

5.21 Krav til installeringssted for
utendgrsanlegget

INFORMASJON

Les ogsa gjennom kravene nedenfor:

= Generelle krav til installeringssted. Se kapitlet
"Generelle sikkerhetshensyn".

= Krav til serviceplass. Se kapitlet "Tekniske data".

= Krav til kjglemediergr (lengde, hgydeforskjell). Se
lenger ned i dette kapitlet "Forberedelse".

A LIVSFARE

Utstyr ikke allment tilgjengelig: ma installeres pa et trygt
sted uten fri tilgang.

Bade innendgrs- og utendgrsanlegget egner seg for
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
lettere industri.

MERKNAD

Utstyret som beskrives i denne handboken, kan forarsake
elektronisk stay som fglge av radiofrekvent energi. Utstyret
er i samsvar med spesifikasjoner som skal gi
tilfredsstillende beskyttelse mot slike forstyrrelser. Dette gir
imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppsta
forstyrrelser i enkelte installasjoner.

Det anbefales derfor & installere utstyret og elektriske
ledninger i god avstand fra stereoutstyr, datamaskiner o.l.

(I

Jordfeilbryter

Sikring
Utendgrsanlegg
Innendgrsanlegg
Brukergrensesnitt
Datamaskin eller radio

-0 Q0T

= Pa steder med darlig mottak ma det vaere en avstand pa 3 m eller
mer for & unnga elektromagnetisk interferens fra annet utstyr, og
det ma brukes ledningsrer til stram- og overfgringsledninger.

= Velg et sted der regn kan unngas i sterst mulig grad.

= | tilfelle vannlekkasje ma du serge for at vann ikke kan forarsake
skader pa installeringsomradet og omgivelsene rundt.

= Velg en plassering der varm/kald luft fra anlegget eller driftssteyen
IKKE vil forstyrre noen.

= Varmevekslerribber er skarpe og personskade er mulig. Velg et
installeringssted der det ikke er fare for personskade (spesielt pa
omrader der barn leker).

IKKE installer enheten pa folgende steder:

= Lydfglsomme omrader (f.eks. naer et soverom), for & unnga
forstyrrelser pga. driftsstgy.
Merknad: Hvis lyden males under faktiske installeringsforhold, kan
den malte verdien veere hgyere enn lydtrykknivaet som er nevnt i
lydspekteret i databoken pa grunn av omgivelsesstgy og
lydrefleksjoner.

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-series
4P573383-1 —2019.04
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5 Forberedelse

INFORMASJON

Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

= Steder der det kan finnes mineraloljetake, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller fgre til vannlekkasje.

Det anbefales IKKE a installere anlegget pa falgende steder fordi det
kan redusere anleggets levetid:

= Der spenningen varierer kraftig
= | kjgretayer eller skip
= Der det forekommer syreholdig eller basisk damp

Installering ved kysten. Pass pa at utendgrsanlegget IKKE utsettes
for direkte vind fra havet. Dette er for & forhindre korrosjon som fglge
av hgye saltnivaer i luften, som kan redusere anleggets levetid.

Installer utendgrsanlegget vekk fra direkte vind fra havet.

Eksempel: Bak bygningen.

H HHHHBHA

Hvis utendgrsanlegget er utsatt for direkte vind fra havet, ma du
sette opp en levegg.

= Hoyden pa levegg 21,5 x hgyden pa utendgrsanlegg
= Folg kravene til serviceplass nar du setter opp leveggen.

d
c

H HHHBHAB

[ ] O

Vind fra havet
Bygning
Utendersanlegg
Levegg

Q0T

Sterke vinder (218 km/t) mot utendersenhetens luftutslipp forarsaker
kortslutning (innsuging av utslippsluft). Dette kan medfare:

= forringelse av driftskapasiteten
= hyppig frostdannelse ved drift med oppvarming

= forstyrrelse av driften pga. av synkende lavt trykk eller gkende
hayt trykk

= en defekt vifte (hvis en sterk vind blaser direkte pa viften, kan den
begynne a rotere veldig raskt inntil den gar i stykker).

Det er anbefalt & montere en ledeplate nar luftutslippet er utsatt for
vind.

Det anbefales a installere utendgrsenheten med luftinntaket vendt
mot veggen og IKKE direkte eksponert for vinden.

—
)
e
e

a Ledeplate
b Radende vindretning
¢ Luftutlep

5.2.2 Tilleggskrav til installeringssted for
utendersanlegget pa steder der det er
kaldt

Beskytt utendgrsenheten mot direkte sngfall, og serg for at
utendgrsenheten ALDRI tilsngs.

Sngpresenning eller -overbygg
Sokkel (minimum hgyde=150 mm)
Radende vindretning

Luftutlep

Q0T

Det kan samle seg sng som fryser til mellom varmeveksleren og
huset til anlegget. Dette kan redusere driftseffekten. Du kan se
hvordan du kan forhindre dette (etter at anlegget er montert) under
"6.3.5 Slik sikrer du dreneringen” [» 14].

5.3 Klargjere reropplegg for
kjolemiddel

5.31 Krav til kjglemedieror

INFORMASJON

Les ogsa forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".

Husk pa felgende nar du kobler flere innendersanlegg til
utendgrsanlegget:

Kjolemediegrensett |Du trenger ett eller flere grenrgrsett for
kjglemedium. Se "4.3.1 Mulig tilleggsutstyr
for utendgrsenhet” [» 9].

Rar som gar oppover |Rgrfgring oppover og nedover skal kun
og nedover utferes pa hovedrgrledningen (L1).

Referanseguide for installater
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5 Forberedelse

Forgreningsrer .

= Lag

Installer forgreningsregrene vannrett (med
maksimal helling pa 15°) eller loddrett.

lengden
innendarsanleggene kortest mulig.

= Forsgk & ha
grenrgrene til innendgrsanleggene.

pa grenrgret til

lik lengde pa begge

(m] Kjglemediegrensett

Materiale pa kjelemedieror

@ MERKNAD

Raropplegget og andre trykksatte deler skal vaere egnet for
kjglemedium. Bruk semlgst kobberrgr, deoksidert med

fosforsyre, for kjglemedium.

= Fremmedlegemer inne i rer (inkludert oljer for fabrikasjon) ma

veere <30 mg/ 10 m.

Definisjoner: L1~L7, H1, H2

Par®

Tvilling®

L2 @
EF by
Llﬁ

H1

Dobbel tvilling®

L4

Anta at den lengste linjen pa tegningen svarer til det faktisk

lengste reret, og det hgyeste anlegget pa tegningen svarer
til det faktisk hayeste anlegget.

L1 Hovedrer
L2~L7 Forgreningsrer
HA1
utendgrsanlegget
H2

Haydeforskjell mellom hgyeste innendgrsanlegg og

Haydeforskjell mellom hgyeste og laveste innendgrsanlegg

Lengde pa kjelemedierer og hgydeforskjell

Rerlengdene og heydeforskjellene ma samsvare med fglgende krav:

= Rermateriale: Sgmlgst kobberrgr som er deoksidert med
fosforsyre.

* Rorenes herdingsgrad og tykkelse:

Ytre diameter (@)| Herdingsgrad Tykkelse (t)®

6,4 mm (1/4") Herdet (O) 20,8 mm %]

9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Herdet (O) 21,0 mm

22,2 mm (7/8") Halvhardt (1/2H)

Det kan veere behov
gjeldende lovgivning

(@)

for en starre rortykkelse avhengig av
og anleggets maksimale arbeidstrykk

(se "PS High" pa anleggets merkeplate).

Diameter pa kjolemediere

r

Diameteren pa kjglemediergr ma samsvare med fglgende krav:

Roropplegg

Diameter

L1 (par, tvilling, trippel, dobbel
tvilling)

Se under.

L2,L3 (tvilling)
L2~L4 (trippel)
L4~L7 (dobbel tvilling)

Bruk samme diametere som
tilkoblingene (veeske, gass) pa
utendgrsanleggene.

L2,L3 (dobbel tvilling)

Veeskergr: 39,5 mm

Gassrgr: @22,2 mm

L1 (par, tvilling, trippel, dobbel tvilling):
Modell Ny®@/ L1 veeskergr | L1 gassrer
Eksisterende®
RZA200+250D7 |Standard 29,5 mm @22,2 mm
@k dimensjon @12,7 mm @25,4 mm

som for tilkoblingene
standard diametere

diameteren, men da

Nar du installerer nye rer, skal du bruke samme diametere

pa utendgrsanleggene (dvs.
for vaeske- og gassrar).

Nar du bruker eksisterende ror pa nytt, kan du gke

kan kapasiteten synke og kravene til

rerlengden vil ogsa veere strengere. Vurder disse
begrensningene i forhold til hele installasjonen.

Krav Grenseverdi

1 |Minimum total rgrlengde én vei Par: Grenseverdi<L1 5 m@
Tvilling: GrenseverdisL1+L3
Trippel: GrenseverdisL1+L4
Dobbel tvilling: GrenseverdisL1+L3+L7

2 |Maksimal total rgrlengde Par: L1=grenseverdi @ standard 100 m
Tvilling: L1+L2+L3<grenseverdi |Gkt @ for gassrer 100 m
Trippel: Okt & for vaeskerar 50 m
L1+L2+L3+L4<grenseverdi
Dobbel tvilling:
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7<grensev
erdi

3 |Maksimal grenrgrlengde Tvilling og trippel: L2<grenseverdi 20m
Dobbel tvilling: L2+L4<grenseverdi

RZA200+250D7Y1B DAIKIN Referanseguide for installatar
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5 Forberedelse

Krav Grenseverdi
4 |Maksimal forskjell mellom lengden pa grenrgr Tvilling: L2—L3<grenseverdi 10m
Trippel: L2-L4<grenseverdi 10m
Dobbel tvilling: 10m

= L2-L3<grenseverdi
= L4-L5=grenseverdi
= L6-L7<grenseverdi
= (L2+L4)—(L3+L7)=grenseverdi
5 |Maksimal hgyde mellom innenders og utendgrs |Par, tvilling, trippel og dobbel tvilling: H1<grenseverdi 30m

6 |Maksimal hgyde mellom innendars Tvilling, trippel og dobbel tvilling: H2<grenseverdi 0,5m

(a) Huvis rerlengden er <5 m, ma hele anlegget fylles pa nytt. Dersom avstanden mellom innenders- og utendersanlegget er mindre enn 5 m, ma du
passe pa at lengden pa reropplegget er mer enn 5 m ved & montere ekstra rgrkurver.

Eksempel
Hvis systemoppsettet er som falger ... Sa er kravene ...
= Trippel: 1 5 msL1+L4
L2 @ 2 |L1+L2+L3+L4=100 m
<
L3 3 |L2<20m
o 4  |L2-14<10m
T L4 Q 5 |H1=30m
6 |H2<0,5m
g\
= @ standard
Hvis det brukes vaeskerar med @kt dimensjon, ma INFORMASJON
innendgrsanlegget installeres lavere enn utendgrsanlegget.

Les ogsa "6.8.5 Spesifikasjoner for standard
ledningsoppleggkomponenter” [» 24].

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret ga i stykker.

Sl
S

= Etabler riktig jording. Enheten ma IKKE jordes til
@ vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
S Ufullstendig jording kan medfgre elektrisk stat.

= Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester

5.3.2 Isolasjon av kjelemiddelrgr slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller rgropplegget, spesielt pa hgyttrykkssiden.

* Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale: = IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med

= med en varmeoverfgringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK flertradet leder, skjoteledninger eller tilkoblinger fra et

(0,035 og 0,045 kcal/mh°C) stjernesystem. De kan fare til overoppheting, elektrisk

stet eller brann.
= med en varmemotstand pa minst 120°C e

= |IKKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten

* Isolasjonstykkelse er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil

Omgivelsestempera Luftfuktighet Minimum tykkelse redusere ytelsen og kan fare til ulykker.
tur
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm DGR
luftfuktighet = Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
>30°C >80% relativ 20 mm elektriker og overholde gjeldende lovgivning.
luftfuktighet = Foreta elektriske tilkoblinger til det faste
ledningsopplegget.
54 K|argjgre elektrisk = Alle komponenter kjopt pa stedet og all elektrisk
- konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.
ledningsopplegg . g gnmg
ADVARSEL
5.4.1 Om klargjering av det elektriske Bruk ALLTID multikjernekabler til strgmforsyning.
ledningsopplegget
INFORMASJON
Les ogsa forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".
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6 Installering

6 Installering

6.1 Oversikt: Installering

Dette kapitlet beskriver hva du méa gjere og vite pa stedet for a
installere systemet.

Typisk arbeidsflyt

Installering bestar vanligvis av felgende trinn:

= Montere utendgrsanlegget.

= Montere innendgrsanleggene.

= Tilkoble kjglemediergrene.

= Kontrollere kjglemediergrene.

= Fylle pa kjglemedium.

= Tilkoble de elektriske ledningene.

= Ferdigstille installeringen av utendgrsanlegget.

= Ferdigstille installeringen av innendgrsanlegget.

INFORMASJON

Se i installeringshandboken for innendersanlegget nar du
skal installere innendgrsanlegget (montere
innendgrsanlegget, koble kjglemediergrene til
innendgrsanlegget, koble de elektriske ledningene til
innendgrsanlegget ...).

6.2  Apne anleggene

6.2.1 Om apning av enheter

Enheten ma apnes til bestemte tider. Eksempel:
= Nar du kobler til kjglemediergrene
= Ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget

= Ved vedlikehold og service pa enheten

FARE: ELEKTRISK ST@T

Du ma |IKKE forlate anlegget uten tilsyn nar
servicedekselet er fiernet.

B

o
N
N

Slik apner du utendgrsanlegget

FARE: ELEKTRISK ST@T

FARE: BRENNSKADER

B B

7
/
A\

\/
S
~

S
e

K

6.3 Montere utendgrsanlegget

6.3.1 Om montering av utendersanlegget

Typisk arbeidsflyt

Montering av utendgrsanlegget bestar vanligvis av fglgende trinn:
1 Klargjere installeringsstrukturen.

2 Installere utendgrsanlegget.

3 Serge for drenering.

4 Forhindre at anlegget kan velte.

5 Beskytte anlegget mot sng og vind ved & installere et overbygg

og leskjermer. Se
"5 Forberedelse" [» 9].

"Klargjgre installeringsstedet” i

6.3.2 Forholdsregler ved montering av
utendorsanlegget

INFORMASJON

Les ogsa om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

= Generelle sikkerhetshensyn

= Forberedelse

6.3.3 Klargjere installeringsstrukturen

Kontroller styrken og planheten til monteringsunderlaget slik at
anlegget ikke forarsaker vibrasjoner og stay.

Fest anlegget sikkert ved hjelp av ankerboltene i samsvar med
fundamenttegningen.

Klargjer 4 sett med forankringsbolter, muttere og skiver (kjopes
lokalt) som vist nedenfor:

(mm)

a Pass pa at du ikke dekker til dreneringshullene i anleggets
bunnplate.

INFORMASJON

Den anbefalte hgyden pa boltenes gvre fremstikkende del
er 20 mm.

jﬁuﬁﬁ

RZA200+250D7Y1B
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6 Installering

@ MERKNAD

Fest utendgrsanlegget til forankringsboltene ved hjelp av
muttere med harpiksbelagte skiver (a). Metallet kan lett
ruste hvis belegget pa festeomradet er fiernet.

Ll

6.3.4 Slik monterer du utendersanlegget

6.3.5 Slik sikrer du dreneringen

= Sgrg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig mate.

= Installer enheten pa en sokkel for & sikre god drenering og unnga
ansamling av is.

= Lag til en renne for dreneringsvann rundt fundamentet slik at
avlgpsvann kan dreneres vekk fra enheten.

= Unnga at dreneringsvannet oversvemmer gangveien sa den IKKE
blir glatt ved frost.

= Hvis du monterer enheten pa en ramme, ma du plassere en
vanntett plate innen 150 mm fra enhetens underside for a
forhindre inntrengning av vann og unnga at dreneringsvannet
drypper (se fglgende illustrasjon).

INFORMASJON

Om ngdvendig kan du bruke en dreneringssump (kjopes
lokalt) for & unnga at dreneringsvannet drypper.

@ MERKNAD

Hvis anlegget IKKE kan installeres helt i vater, skal du
alltid sikre at det heller mot baksiden av anlegget. Dette er
nedvendig for & sikre riktig drenering.

@ MERKNAD

Hvis det er dreneringshull pa utendersanlegget som er
dekket av en monteringssokkel eller gulvoverflaten, hever
du anlegget for & oppna en klaring pa mer enn 150 mm
under utendgrsanlegget.

Dreneringshull (dimensjoner i mm)

Utlgpsside

Avstand mellom forankringspunkter
Bunnramme

Dreneringshull

Perforert hull til sng

moow>

Snefall

| omrader med sngfall kan det samle seg sng som fryser til mellom
varmeveksleren og huset til anlegget. Dette kan redusere
driftseffekten.

INFORMASJON

Vi anbefaler at tilleggsutstyret med bunnplatevarmer
installeres (EKBPH250D7) nar anlegget installeres pa
steder der det er kaldt.

6.3.6 Slik forhindrer du at utendersanlegget
velter

Hvis anlegget installeres pa steder som er utsatt for kraftig vind, ma
du ta spesielt hensyn til falgende:

1 Klargjgr 2 kabler som angitt i felgende illustrasjon (kjgpes
lokalt).

2 Plasser de 2 kablene over utendgrsanlegget.

Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendgrsanlegget
for & forhindre at kablene riper opp lakken (kjgpes lokalt).

4 Fest kabelendene, og stram dem.

Referanseguide for installater
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12 Tekniske data

Fordeler

Akkumulator

I I B v

Lokale rgr (veeske: @9,5 mm sammenklemt ror)
Lokale rgr (gass: ©25,4 mm sammenklemt rgr)

3 Se pa kombinasjonstabellen og i handboken for
tilleggsutstyret om hvordan du tilkobler ledninger til X6A,

X15A og X77A.

4  Farger: BLK: svart, RED: rgd, BLU: bla, WHT: hvit, GRN:

grgnn

(4) Tegnforklaring

Oppvarming Engelsk Oversettelse
Kjeling Legend Tegnforklaring
Optional Tilleggsutstyr
: . Part n° Del nr.
12.4 Koblingsskjema: Utendersanlegg artn enr
Description Beskrivelse
Koblingsskjemaet leveres med anlegget, og er plassert pa innsiden
av servicedekselet. A1P Kretskort (hoved)
(1) Tilkoblingsskjema A2P Kretskort (stayfilter)
Engelsk Oversettelse A3P Kretskort (vekselretter)
Connection diagram Tilkoblingsskjema A4P Kretskort (vifte)
Only for wkk Kun for *** A5P Kretskort (behov)
See note *** Se merknad *** C503, C506 C507 Kondensator
A3P
Outdoor Utenders ( )
Indoor Innenders DS1,DS2 (A1P) DIP-bryter
Upper EEV Qvre elektronisk E1H Bunnplatevarmer
ekspansjonsventil E1HC Veivhusvarmer
Lower EEV Nedre elektronisk F1U (A1P) Sikring (T 3,15 A 250 V)
ekspansjonsventil F8U, FoU Sikring (F)
Fan Vifte F101U (A4P) Sikring
ON PA F101U, F102U (A2P) Sikring
OFF AV F601U (A3P) Sikring
(2) Oppsett HAP (A1P, A3P, Lysdiode (servicemonitor er grann)
Engelsk Oversettelse A4P)
Layout Oppsett K1R (A1P) Magnetisk relé (Y2S)
Front Foran K3R (A3P) Magnetisk relé
Left Venstre K3R (A1P) Magnetisk relé (Y3S)
Back Tilbake K5R (A1P) Magnetisk relé (E1HC)
Position of compressor terminal | Plassering av kontakt for K7R (A1P) Magnetisk relé (E1H)
kompressor L1R Reaktor
(3) Merknader M1C Kompressormotor
Engelsk Oversettelse M1F Viftemotor
Notes Merknader PS (A1P,A3P) Svitsjet stramtilfgrsel
4 Tilkobling Q1DI Jordfeilbryter
X1M Innendgrs/utenders QILD (A1P) Jordfeilvarsel
kommunikasjon R1T (A1 P) Termistor (|Uft)
[ Jordledninger R2T Termistor (utlepsrer)
““““ Kjopes lokalt R3T Termistor (innsugningsrar)
@ Jordingsbeskyttelse R4T Termistor (utgang fra varmeveksler)
Dl | & Lokal ledning R5T Termistor (varmevekslerforgrening)
L Ledningsopplegg avhenger av R6T Termistor (veeskeror)
modell R7T Termistor (M1C-hus)
Alternativ R24 (A4P) Motstand (stremfgaler)
Bryterboks R300 (A3P) Motstand (stremfaler)
Kretskort S1PH Hoytrykksbryter
S1PL Lavtrykksbryter
Merknader: .
SEG1~SEG3 (A1P) 7-segmentdisplay
1 Se pa klistremerket med koblingsskjemaet (pa baksiden av TA Stromfoler
frontplaten) for & fa vite hvordan du bruker bryterne BS1~BS3
og DS1+DS2. V1D (A3P) Diode
2 Beskyttelsesanordningene S1PH og S1PL maé ikke kortsluttes V1R (A3P, A4P) Diodemodul
nar anlegget er i bruk. X*A Koblingsstykke
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13 Ordliste

Tilbehor

Etiketter, handbgker, informasjonsark og utstyr som falger
med produktet og som ma installeres i henhold til
instruksjonene i den medfglgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr

X*M Rekkeklemme

Y1E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved)

Y2E Elektronisk ekspansjonsventil
(innsprgyting)

Y2S Magnetventil (4-veisventil)

Y3S Magnetventil (trykkfordeling)

Z*C Stoyfilter (ferrittkjerne)

Z1F Stayfilter

12.5 Informasjonskrav for ecodesign

Folg trinnene nedenfor for & se energimerkingen med Lot 21-data for
anlegget og utendgrs/innendgrs-kombinasjonene.

1 Apne denne nettsiden: https://energylabel.daikin.eu/
2 Fortsett ved a velge:

= "Continue to Europe" for den internasjonale nettsiden.
= "Other country" for et spesifikt land.

Resultat: Du videresendes til nettsiden "Seasonal efficiency".

3 Under "Eco Design — Ener LOT 21" klikker du pa "Generate
your data".

Resultat: Du videresendes til nettsiden "Seasonal efficiency
(LOT 21)".

4 Folg instruksjonene pa nettsiden for & velge riktig anlegg.

Resultat: Nar dette er gjort, kan LOT 21-dataarket vises som PDF-fil
eller HTML-nettside.

INFORMASJON

Du kan ogsa se andre dokumenter (som handbgker osv.)
pa nettsiden du kommer til.

13 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autorisert montor
Teknisk kyndig person som er kvalifisert tii & montere
produktet.

Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utfgre eller koordinere ngdvendig
service pa enheten.

Installeringshandbok
Instruksjonshandbok for et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

Driftshandbok
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer bruken.

Vedlikeholdsanvisninger
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer,
konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.

Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfglgende dokumentasjonen.

Kjopes lokalt

Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfelgende dokumentasjonen.

DAIKIN
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