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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

= Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i
installationshandboken samt installatérens referensguide far
ENDAST utféras av en behorig installator.

11.

-

Betydelse av varningstexter och symboler

FARA

Anger en situation som leder till dod eller allvarlig skada.

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

> B

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brannskador pa grund
av extremt varma eller kalla temperaturer.

B

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

B

VARNING

Anger en situation som kan leda till déd eller allvarlig
skada.

>

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FORSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga
skador.

NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen
eller lokalen.

e

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

=

Symbol Forklaring

Las igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna infor installation.

Las servicehandboken infér underhalls- och
serviceuppgifter.

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

[13]
=S

1.2 For installatoren

1.21 Allmént

Kontakta din installatér om du INTE ar séker pa hur du installerar
eller anvander enheten.

@ NOTERING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehor kan orsaka elchock, kortslutning, lackage, brand
eller annan skada pa utrustningen. Anvand endast
tillbehor, extrautrustning och reservdelar som tillverkats
eller godkants av Daikin.

A VARNING

Se till att installationen, kontroller och anvanda material

A FORSIKTIGT

Bar lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
sakerhetsglasdgon, etc.) under installationen, underhallet
eller reparationen av systemet.

A VARNING

Riv isar och kasta plastférpackningsmaterialet sa att ingen,
speciellt barn, inte kan leka med det. Mgjlig risk: kvavning.

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

= Vidror INTE koldmedierér, vattenledningar eller interna
delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara for
varma eller for kalla. Vanta tills de atergar till normal
temperatur. Anvand skyddshandskar om du maste réra
vid dem.

= Vidrér ALDRIG oavsiktligt lackage av kdldmediet.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.

A FORSIKTIGT

Vidror INTE enhetens Iuftintag eller aluminiumspjall
eftersom det finns risk for att du skadas.

NOTERING

= Placera INTE féremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

NOTERING

Arbeten som utfors pa utomhusenheten ska helst goras
under torra vaderférhallanden for att foérhindra
vattenintrangning.

| enlighet med gallande lagstiftning kan det vara nédvandigt att fora
en loggbok Over utrustningen. Denna ska alltid innehalla: information
om underhall, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst foljande information om systemet vara
tillgénglig pa latt atkomlig plats:

= Nedstangningsinstruktioner i handelse av nodfall
= Namn och adress till brandkar, polis och sjukhus
= Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

| Europa ger EN378 nédvandig ledning for den har loggboken.

1.2.2 Installationsplats

= Se till att det finns tillrdckligt med utrymme runt enheten for
tillracklig luftcirkulation.

= Kontrollera att golvet ar ftillrackligt starkt for att bara
inomhusenhetens vikt och vibrationer.

= Se till att omradet ar val ventilerat. Blockera ALDRIG nagra
ventilationsdppningar.

= Se till att enheten star pa en jamn yta.
Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:
= | miljder med explosionsrisk.

= | narheten av maskiner som avger elektromagnetiska vagor.
Elektromagnetiska vagor kan stora styrsystemet och gora att

Overensstammer med gallande lagstiftning (utdéver . :
instruktionerna i dokumentationen Daikin). utrustningen inte fungerar som den ska.
= Pa platser med risk for brand pa grund av lackage av brandfarliga
gaser (t.ex. I6sningsmedel eller bensin), kolfiber eller lattantandligt
damm.
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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

= Pa platser dar fratande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras.
Korrosion av kopparledningar eller I6dda delar kan orsaka att
kéldmediet lacker ut.

Instruktioner for utrustning med kéldmedium R32
Om tillampligt.
A VARNING
= Punktera EJ och brénn EJ.

= Anvand INGA andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen eller rengéring av utrustningen
an de som rekommenderas av tillverkaren.

= Var medveten om att kéldmedium R32 ar luktfritt.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt nedan.

@ NOTERING

= Ateranvand INTE kopplingar som redan har anvénts.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av
kéldmediumsystemet ~ ska  vara  tillgangligt i
underhallssyfte.

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning (till exempel nationella regler for gashantering)
samt endast utférs av behdriga personer.

Krav pa installationsutrymme

@ NOTERING

= ROr maste skyddas mot fysiska skador.

= Rorlangden maste hallas ned till ett minimum.

A VARNING

Om apparater innehaller kéldmediet R32 MASTE golvytan
for rummet dar apparaterna ar installerade, anvands och
forvaras vara storre an den minsta golvytan som definieras
i tabellen under A (m?). Detta galler:

= Inomhusenheter utan sensor for kéldmediumlackage.
For inomhusenheter med sensor for
kéldmediumlackage, se installationshandboken

= Utomhusenheter installerade eller forvarade inomhus
(till exempel vintertradgard, garage, maskinrum)

= Rordragning i oventilerade utrymmen

Sa har bestammer du minsta golvyta

1 Bestam total mangd pafyllt koldmedium i systemet
(= fabrikspafyllt kdéldmedium @ + @ ytterligare pafylit
kéldmedium).

Contains fluorinated greenhouse gases
[R32 ] o~ |kg

GWP: xxx e _ : kg
9 ——
(1) 0+0= |kg
I !1 ,ﬁl % = tCOeq

2 Bestam vilket diagram eller vilken tabell du vill anvanda.

= For inomhusenheter: Ar enheten
vaggmonterad eller staende pa golvet?

= For utomhusenheter som installeras eller férvaras inomhus
samt lokala ror i oventilerade utrymmen beror detta pa
installationshéjden:

takmonterad,

Om installationshdjden ar ... |Anvander du diagrammet eller

tabellen for ...
<1,8m Enheter som star pa golvet
1,8sx<2,2 M VVaggmonterade enheter
22,2m Takmonterade enheter

3 Anvand diagrammet eller tabellen for att bestdmma minsta
golvyta.

Amin (mZ)

oy
9 0/7/' 1G]

™~

(o). H
ed UV

50 el 0/““ ‘
02 —1 ]
0 //—/’/‘\\'Tg-ﬁ\m\ed unit™

10— — [ — G

0 :
18122263 |34/38(42/46| 5 |54/58(62(66] 7 74|78
'2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 64 68 72 76 som (kg)
1843 7.956
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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A,_,, (m*)  m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A, (m?)

<1.842 —— <1.842 —— <1.842——

1.843 —3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24——474 24—5.79 24—490
26—5.13 26—6.39 26—575
2.8——5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
32—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 3.6—123 3.6——110
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
4.0—101 4.0—151 4.0—136
42—11.2 42—16.7 42—150
44—123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48— 146 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 52—230
54——18.5 54—27.6 5.4—248
56——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——213 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2—327
6.4——259 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2——441
7.4—34.7 74—518 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——385 7.8—57.5 7.8——518

7.956——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Total mangd pafyllt kdldmedium i systemet

A,

min Minsta golvyta

(a) Ceiling-mounted unit (= Takmonterad enhet)
(b) Wall-mounted unit (= Vaggmonterad enhet)
(c) Floor-standing unit (= Enhet som star pa golvet)

1.23

Om tillampligt. Se

Koldmedium

installationshandboken eller

referenshandbok for mer information.

installatorens

@ NOTERING

Se till att kdldmedieréren Overensstammer med gallande
lagstiftning. | Europa ar EN378 den gallande standarden.

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — liackage av koldmedium. Om du vill
tbmma systemet och det finns en lacka i
kéldmediumkretsen:

= Anvand INTE enhetens automatiska tdmningsfunktion
som samlar allt koéldmedium fran systemet i
utomhusenheten. Trolig konsekvens: Sjalvantandning
och explosion i kompressorn pa grund av luft som
kommer in i driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens
kompressor INTE behéver koras.

VARNING

Atervinn ALLTID kéldmedium. Sl&pp ALDRIG ut dem direkt
i miljon. Anvand en vakuumpump for att evakuera
installationen.

NOTERING

Nar alla rér anslutits ska man kontrollera att inte gas lacker
ut. Anvand kvavgas for att utféra gaslackagekontroll.

NOTERING

= Fyll INTE pa mer an den angivnha mangden koldmedel
eftersom det kan skada kompressorn.

= N&ar koldmediumsystemet ska &ppnas MASTE
kéldmedium hanteras enligt tillamplig lagstiftning.

A

VARNING

Se till att det inte finns nagot syre i systemet. Kéldmedium
far endast fyllas pa efter utford lackagetest och
vakuumtorkning.

Om pafylining blir nédvandig finns information pa enhetens
namnplat. Har anges typ av kéldmedium och nédvandig mangd.

Utomhusenheten har fyllts pa med kéldmedium fran fabrik och
beroende pa rortjocklek och rorlangder kan vissa system behodva
ytterligare pafylining av kéldmedium.

Anvand endast verktyg den kylmediumtyp som anvands i
systemet for att uppratthalla ndédvandigt tryck och foérhindra att
frammande féremal kommer in i systemet.

Fyll pa kylmediumvatska som féljer:

Om Da

Ett havertror finns

Pafylining med cylindern uppratt.

®

NOTERING

Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsatts
for belastning.

A

VARNING

Under kontroller far du ALDRIG tryckséatta apparaterna
med ett tryck som Overstiger det hogsta tillatna trycket
(anges pa enhetens markplat).

(d.v.s. cylindern ar markerad
med "Liquid filling siphon
attached" — havert for
vatskepafyllning ansluten)

I

VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid
kéldmedielackage. Om kéldmediegas lacker ska omradet
ventileras omedelbart. Méjliga risker:

= For hog koncentration av koldmedium i tranga

utrymmen kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan bildas om koéldmediegas kommer i
kontakt med Oppen laga.

Ett havertror finns INTE

Pafylining med cylindern upp och

ned.

= Oppna kylmediumcylindrar langsamt.

= Fyll pa kylmediet i vatskeform. Om du fyller pa det i gasform ar

normal drift inte majlig.

RZA200+250D7Y1B
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1 Allmanna sikerhetsforeskrifter

A FORSIKTIGT A VARNING

Nar kéldmediumpafyliningen ar slutférd eller nar du tar en
paus ska du omedelbart stdnga ventilen pa
kéldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stéangs
kan det aterstdende trycket ge ytterligare pafylining av
kéldmedium. Trolig konsekvens: Felaktig mangd
kéldmedium.

1.24 Barare

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatérens
referenshandbok fér mer information.

A VARNING

Valet av barare MASTE ske i enlighet med gallande
bestammelser.

A VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid bararlackage. Om
barare lacker ut maste utluftning ske omedelbart och
darefter kontaktar du din lokala aterforsaljare.

A VARNING

Omgivningstemperaturen inuti enheten kan bli mycket
hoégre an rumstemperaturen, t.ex. 70°C. Om barare lacker
ut kan varma delar inuti enheten skapa en riskfull situation.

Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att lokal kabeldragning gors i enlighet med
gallande lagstiftning.

= All lokal kabeldragning MASTE utféras i enlighet med
kopplingsschemat som medfoljer produkten.

= Klam ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE
kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
pafrestar kabelanslutningarna.

= Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till
en vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning
for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela
ALDRIG stromforsorjning med nagon annan apparat.

= Se till att nodvandiga sakringar eller kretsbrytare
installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta
foljs kan det resultera i elektriska stotar eller eldsvada.

= Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att
den ar kompatibel med invertern (som klarar
hogfrekvent  elektriskt  brus) fér undvika att
jordfelsbrytaren loser ut i onédan.

A VARNING

Anvéndning och installation av tillampningen MASTE félja
de sakerhets- och miljomassiga féreskrifter som anges i
gallande lagstiftning.

1.2.5 Vatten

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatérens
referenshandbok for mer information.

FORSIKTIGT

Vid anslutning av strémkabeln maste jordkabeln vara
ansluten innan de stromférande anslutningarna upprattas.
Vid frankoppling av stromkabeln maste de stromférande
anslutningarna kopplas fran innan jordkabeln kopplas fran.
Kabellangden mellan strdmkabelns anslutning och
terminalblocket maste vara sadan att de stromférande
kablarna stracks fore jordkabeln om strémkabeln dras loss
fran kabelfastet.

NOTERING
@ NOTERING

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 98/83 EG.

1.2.6 Elektricitet

A FARA: RISK FOR ELCHOCK

= Stang AV all strémforsorjning innan du avlagsnar
kopplingsdosans skyddskapa och kopplar elektriska
ledningar eller ror vid elektriska delar.

= Stang av stromfoérsorjningen i mer an 1 minut och mat
spanningen vid kontakterna pa huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan du
utfér reparationer. Spanningen MASTE vara mindre &n
50 V likspanning innan du kan réra vid elektriska
komponenter. Se kopplingsschemat for kontakternas
placering.

= ROr INTE vid elektriska komponenter med vata hander.

= Lamna INTE enheten obevakad nar serviceluckan har
avlagsnats.

Sékerhetsatgarder vid dragning av elledningar:
N
( ] [ won q [ )

O X X

= Anslut INTE kablar med olika tjocklek till
stromforsorjningsplinten  (for mycket spelrum  kan
orsaka onormal varme).

= Nar du ansluter kablar av samma tjocklek gor du enligt
anvisningarna ovan.

= Vid ledningsdragning anvander du angiven stromkabel
och ansluter den ordentligt. Fast den sedan sa att inte
plinten utsatts for belastning utifran.

= Anvand en lamplig skruvmejsel for att dra at
terminalskruvarna. En skruvmejsel med for litet huvud
forstor skruven och gor det omdgjligt att dra at den.

= Om du drar at terminalskruvarna for hart kan de ga
sonder.

A VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en
huvudbrytare eller andra medel for att kunna koppla ifran
enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler
som resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i
overspanningsklass lll, i den fasta kabeldragningen.

VARNING

= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du
att alla elektriska komponenter och kontakter i eldosan
ar ordentligt anslutna.

= Se till att alla skyddskapor ar stangda innan du satter
igang enheten.

Installatérens referenshandbok DAIKIN
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2 Om dokumentationen

@ NOTERING

Galler endast om strémférsorjningen har tre faser och
kompressorn har en PA/AV startmetod.

Om det foreligger risk for omvand faskoppling efter fillfalligt
stromavbrott och/eller om strémmen kommer och gar nar
produkten ar i drift, dd kan man montera ett externt
fasskydd. Om produkten koérs med fasfel kan kompressorn
och andra komponenter skadas.

2 Om dokumentationen

2.1 Om detta dokument
Malgrupp

Behdriga installatérer

INFORMATION

Denna utrustning &r avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentuppséttning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppséattning. Den
kompletta dokumentuppséattningen bestar av:

= Allménna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du MASTE lasa fére installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installationshandbok for utomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installatorens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar 6versattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2.2 Kort om installatorens

Kapitel Beskrivning

Installation Det héar ska du gora och veta for

installation av systemet

Driftsattning Det har ska du gora och veta for att

driftsatta systemet efter installation

Overlamning till
anvandaren

Det har ska du ge till och férklara for
anvandaren

Sa har underhaller och servar du
enheterna

Underhall och service

Felsékning Vad ska goéras vid problem

Avfallshantering Avfallshantering for systemet

Tekniska data Systemspecifikationer

Ordlista Definition av termer

referensguide
Kapitel Beskrivning
Allmanna Forsiktighetsatgarder som du maste
forsiktighetsatgarder |&sa fore installation

Vilken dokumentation finns for
installatéren

Om dokumentationen

Om ladan Sa har packar du upp enheterna och tar

bort tillbehdren

Om enheterna och = Sa har identifierar du enheterna

alternativ

= Mgjliga enhetskombinationer och

alternativ

Forberedelser Det héar ska du gdéra och veta innan du

kommer till platsen

3 Om ladan

3.1 Oversikt: Om ladan

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora nar
ladan med utomhusenheten ar levererad till platsen.

Har finns information om:

= Uppackning och hantering av enheten

= Borttagning av tillbehor fran enheten

Tank pa foljande:

« Enheten MASTE kontrolleras fér skador vid leveransen.
Eventuella skador SKA omedelbart anmalas till transportbolagets
skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som
mojligt for att skydda den fran transportskador.

= Forbered den vag dar enheten ska transporteras in.

3.2 Utomhusenheten

3.21 Hur du packar upp utomhusenheten

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-series
4P573383-1 — 2019.04
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4 Om enheterna och alternativ

3.2.2 Hur du hanterar utomhusenheten

FORSIKTIGT

For att undvika skador ska du INTE vidréra enhetens
luftintag eller aluminiumflansar.

Bar enheten som visas:

@ NOTERING

Tyget pa insidan av vanster handtag ar avsett att skydda
mot skarskador av enhetens aluminiumflansar.

Ta INTE bort tyget forran enheten ar fullstandigt
installerad:

3.23 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran
utomhusenheten

7,

\/ﬁ

]

Allmanna forsiktighetsatgarder
Installationshandbok for utomhusenheten
Buntband

Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

Etikett for pafylining av extra kdldmedium
Tillagg (LOT21)

Vatskeror — langt

Vatskeror — kort

Vatskeror — boj

Gasror — kort

Gasror — langt

Gasror — boj

a
b
c
d

_— R — T % ®

3.3 Ta bort transportstodet

Transportstodet skyddar enheten vid transport. Det maste tas bort
vid installationen.

Nodvindigt: Oppna serviceluckan. Se "6.2.2 Hur du 6ppnar
utomhusenheten" > 13].

N

I
425 [ (10 N-m)

[0 N NN
\
(

a Mutter
b  Transportstod
c Distans

Ta bort muttern (a) pa kompressorns monteringsbuilt.
Ta bort och kasta transportstddet (b).

Ta bort och kasta distansen (c).

A ON =

Satt tillbaka muttern (a) pa kompressormonteringsbulten och
dra at den med momentet 10 Nem.

4 Om enheterna och alternativ

4.1 Oversikt: Om enheterna och
alternativ

| det har kapitlet finns information om:
= ldentifiering av utomhusenheten

= Kombinera utomhusenheten med tillval

4.2 Identifikation

NOTERING

Vid installation eller underhall av flera enheter samtidigt
ska du se till att INTE blanda ihop servicepanelerna for de
olika modellerna.

4.21 Identifikationsetikett: Utomhusenhet

Plats

"]

Modellidentifiering
Exempel: R Z A 250 D7 Y1 B [*]

@ NOTERING

Om enheten anvands med transportstddet monterat kan
onormala vibrationer eller ljud uppsta.

Kod Forklaring
R Luftkyld delad utomhusenhet
z Inverter
A Kéldmediumror R32
200~250 Kapacitetsklass

Installatérens referenshandbok
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5 Forberedelse

Kod Forklaring
D7 Modellserie
Y1 Stromférsorjning: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Europeiska marknaden
[*] Mindre modellandringsindikering

4.3 Kombinera enheter och alternativ

4.31 Mojliga tillval fér utomhusenheten

Kéldmediumroérgrensats

Vid anslutning av flera inomhusenheter till utomhusenheten behdver
du en eller flera grenrorsatser for kdldmedium. Kombinationen av
utomhus- och inomhusenheter bestdmmer vilka och hur manga
grenrorsatser for kdldmedium du ska anvanda.

Layout Modellnamn
Dubbel KHRQ22M20TA
Trippel KHRQ250H7
Dubbel tvilling KHRQ22M20TA (3x)

Mer information finns i katalogerna. For installationsanvisningar, se
installationshandboken for grenrérsatsen for kdldmedium.

Varmare for bottenplaten (EKBPH250D7)
= Forhindrar att bottenplattan fryser.

= Rekommenderas i omraden med lag omgivningstemperatur och
hog luftfuktighet.

= For installationsanvisningar, se installationshandboken for
bottenplatvarmaren.

Adapterkretskort for behovsstyrning (KRP58M51)

= Bestall aven EKMKSA3-behovsstyrningsadaptermonteringsplaten
for att montera behovsstyrningsadapterkretskortet.

= Kan anvandas for foéljande:
= Lagbullrande: For sankning av driftljudet fran utomhusenheten.

= |-behovsfunktion (I-demand): Foér begransning av systemets
stromfoérbrukning (exempel: budgetstyrning,
stromforbrukningsbegransning vid tider da strommen ar dyr ...).

= For installationsanvisningar, se installationshandboken for
adaptersatsen for behovsstyrning.

5 Forberedelse

5.1 Oversikt: Férberedelse

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora och veta
innan du kommer till platsen.

Har finns information om:

= Forberedelse av installationsplatsen

= Forberedelse av kéldmediumror

= Forberedelse av elkablar

5.2 Forberedelse av
installationsplatsen
Installera INTE enheten pa platser som ofta anvands som

arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) dar mycket damm
skapas MASTE enheten téckas 6ver.

Valj en installationsplats med tillrackligt utrymme fér att kunna bara
enheten in och ut fran platsen.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

5.21 Installationsplatskrav for
utomhusenheten

INFORMATION

Se aven féljande krav:

= Allmanna krav pa installationsplats. Se kapitlet
“Allmanna sakerhetsforeskrifter”.

= Krav pa serviceutrymme. Se kapitlet “Tekniska data”.

= Krav pa koéldmedieror (Iangd, hojdskillnader). Se mer i
kapitlet “Férberedelser”.

A FORSIKTIGT

Utrustning ej tillganglig for allmanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna &r anpassade for
att installeras bade i offentlig milj6 och i 1att industrimiljo.

NOTERING

Utrustningen som beskrivs i den har handboken kan
orsaka  elektroniska  stérningar  fran  radiovagor.
Utrustningen uppfyller specifikationer som ar utformade for
att ge rimligt skydd mot sadana stérningar. Det finns dock
inga garantier for att inte stdrningar uppstar vid en viss
installation.

Darfér rekommenderar vi att du installerar utrustning och
elkablar pa tillrackligt avstand fran stereoutrustning,
persondatorer och dylikt.

(I

Jordfelsbrytare
Sakring

Utomhusenhet
Inomhusenhet
Anvandargranssnitt
Persondator eller radio

-0 Q0T

= Pa platser med daliga mottagningsforhallanden bér du halla ett
avstand pa 3 m eller mer och anvanda skyddsror for strom- och
signaldverforingskablar.

= Valj en plats dar regn kan undvikas i mgjligaste man.

= Var noga med att en vattenlacka inte kan orsaka nagra skador pa
installationsutrymmet och omgivningarna.

= Valj en plats dar den varmal/kalla luften som slapps ut fran
enheten eller driftsljud INTE stor nagon.

= Varmevaxlarens flansar ar vassa och skada ar méjlig vid berdring.
Valj en installationsplats dér skador inte kan uppsta (speciellt
platser dar barn inte leker).

Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:

= Ljudkansliga omraden (t.ex. i narheten av ett sovrum) sa att
driftsljudet inte stor.
Obs! Om ljudet mats vid faktiska installationsférhallanden kan det
uppmatta vardet vara hogre an ljudtrycksnivan som anges i Sound
spectrum i databoken pa grund av omgivande buller och
ljudreflektioner.

RZA200+250D7Y1B
Sky Air Advance-series
4P573383-1 —2019.04
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5 Forberedelse

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i
luften. Plastdelar kan skadas och ftrilla av eller orsaka en
vattenlacka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten pa féljande
platser eftersom det kan forkorta enhetens livslangd:

= Dar spanningsstyrkan fluktuerar mycket
= | fordon eller fartyg
= Dar sura eller alkaliska angor

Installation i narheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten
INTE utsatts for direkta havsvindar. Detta for att undvika korrosion
orsakad av hdga saltnivaer i luften, vilket kan forkorta enhetens
livslangd.

Installera utomhusenheten skyddad for direkta havsvindar.

Exempel: Bakom byggnaden.

H HHHHBH

o | [

Installera ett vindskydd om utomhusenheten ar utsatt for direkta
havsvindar.

= Hojd for vindskyddet>1,5xhdjden pa utomhusenheten
= Beakta kraven pa serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

d
c

H HBHHHBA

[ ] D

Havsvind
Byggnad
Utomhusenhet
Vindskydd

Q0T o

Kraftig vind (=18 km/h) som blaser mot utomhusenhetens luftutlopp
orsakar kortslutning (suger in franluft). Det kan leda till:

= forsamrad driftskapacitet;
= regelbunden isbildning nar uppvarmningsfunktionen anvands;

= funktionsavbrott pa grund av minskat lagtryck eller en 6kning av
hogtrycket;

= en trasig flakt (om kraftig vind standigt blaser mot flakten kan den
borja rotera for snabbt, tills den gar sénder).

Det rekommenderas att du installerar en avskadrmningsplat nar
luftutloppet ar exponerat for vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med
luftinloppet mot vaggen och INTE direkt exponerat for vinden.

—
)
e
e

a Avskarmningsplat
b Radande vindriktning
c Luftutlopp

5.2.2 Ytterligare krav for installationsplatsen for
utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snoéfall och se till att

utomhusenheten ALDRIG sndar igen.

=

Snoskydd eller skjul

Fundament (minsta héjd=150 mm)
Radande vindriktning

Luftutlopp

20T

Sné kan samlas och frysa till mellan varmevaxlaren och enhetens
holje. Detta kan minska drifteffekten. Instruktioner for hur du
forhindrar detta (efter installation av enheten) finns under "6.3.5 Sa
har gor du draneringen” [» 14].

5.3 Forbereda koldmedieroren

5.3.1 Koldmediumrorkrav

INFORMATION

Las aven sakerhetsforeskrifterna i kapitlet “Allmanna
sakerhetsforeskrifter”.

Vid anslutning av flera inomhusenheter till utomhusenheten ska du
ténka pa foljande:

Koéldmediumrérgrens |En eller flera grenrérsatser for kdldmedel
ats kravs. Se "4.3.1 Mgjliga tillval for
utomhusenheten” > 9].

Uppatriktade och
nedatriktade ror

Rordragning uppat och nedat far endast
goras pa huvudroret (L1).

Installatérens referenshandbok
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5 Forb

eredelse

Grenror .

Installera grenréren vagratt
maximal lutning pa 15°) eller lodratt.

= Grenrorets langd till inomhusenheter bor
vara sa kort som majligt.

= Forsok att halla langden pa grenroren fill
inomhusenheten lika.

(med en

NOTERING

®

Rér och andra tryckférande komponenter

ska vara

lampliga for kylmedium. Anvand somldésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kylmedium.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste

vara <30 mg/10 m.

Definitioner: L1~L7, H1, H2

Par®

Tvilling®

2 7
(&)
: s
) :
d L1
S
Trippel® Dubbel tvilling®
2 fa) o fo)
o)
N
- T
T

H1

Utga ifran att den langsta linjen i figuren ocksa ar det

langsta roret och att hogsta aggregatet i figuren ocksa ar
det aggregat som sitter hogst.

L1 Huvudror
L2~L7  Grenror
HA1
utomhusenheten
H2

Héjdskillnad mellan hégsta inomhusenhet och

Héjdskillnad mellan hégsta och lagsta inomhusenhet

Koéldmediumroérlangd och héjdskillnad

Rorlangderna och hoéjdskillnaderna maste folja kraven nedan:

(m] Koéldmediumrérgrensats

Koldmediumrormaterial

= Rormaterial: SOmlésa kopparror avoxiderade med fosforsyra.

= Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek:

Yttre diameter

Hardningsgrad | Tjocklek (t)®

(9)
64mm (14"  |Anldpt (O) 20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") | Aniépt (O) >1,0 mm

22,2 mm (7/8")

Halvhardat (1/2H)

(@)

Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala

arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan
stdrre rortjocklek behdvas.

Koldmediumrordiameter

Kéldmediumrérdiameter maste folja kraven nedan:

Ror

Diameter

L1 (par, tvilling, trippel, dubbel

tvilling)

Se nedan.

L2,L3 (tvilling)
L2~L4 (trippel)

L4~L7 (dubbel tvilling)

inomhusenheterna.

Anvand samma diameter som
anslutningarna (vatska, gas) ill

L2,L3 (dubbel tvilling)

Vatskeror: @9,5 mm

Gasror: @22,2 mm

L1 (par, tvilling, trippel, dubbel tvilling):

Modell Nytt@/ L1 vitskerér L1 gasrér
Befintligt®

RZA200+250D7 |Standard 29,5 mm @22,2 mm

Oka storleken @12,7 mm @25,4 mm

Vid installation av nya ror ska du anvédnda samma

diameter som anslutningarna till utomhusenheter (d.v.s.
standarddiameter for vatske- och gasror).

Vid ateranvandning av befintliga ror kan du anvanda

diameter for 6kad storlek, men da kan kapaciteten minska
och striktare rérlangdskrav géller. Gér en bedémning av
dessa begransningar i relation till hela installationen.

Krav Gransvarde

1 |Minsta totala envagsrorlangd Par: GransvardesL1 5 m@
Tvilling: Gransvarde<L1+L3
Trippel: Gransvarde<L1+L4
Dubbel tvilling: GréansvardesL1+L3+L7

2 |Maximal total rérlangd Par: L1=gransvarde @ standard 100 m
Tvilling: L1+L2+L3<gransvérde @ 6kning av storlek pa gasror 100 m
Trippel: L1+L2+L3+L4<gransvarde | Okning av storlek pa vétskercr 50 m
Dubbel tvilling:
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7<gransva
rde

3 |Maximal tillaten grenrérlangd Tvilling och trippel: L2<gransvarde 20m
Dubbel tvilling: L2+L4<gransvarde

RZA200+250D7Y1B DAIKIN Installatdrens referenshandbok
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5 Forberedelse

Krav Gransvérde
4 |Storsta skillnad mellan grenrérslangder Tvilling: L2—L3<gransvarde 10m
Trippel: L2-L4<gransvarde 10m
Dubbel tvilling: 10m
= L2-L3<gransvarde
= L4-L5=grénsvarde
= L6-L7=<gransvarde
= (L2+L4)—(L3+L7)=grénsvarde
5 |Maximal héjdskillnad mellan inom- och Par, tvilling, trippel och dubbel tvilling: H1=gransvarde 30m
utomhusaggregat
6 |Maximal hojdskillnad mellan inomhusaggregat Tvilling, trippel och dubbel tvilling: H2<gransvarde 0,5m

(a) Nar roérlangden understiger 5 m kravs ett fullstandigt kéldmediumutbyte. Om avstandet mellan inom- och utomhusenheterna ar mindre dn 5 m bor

réren bojas sa att rérlangden uppgar till 5 m.

Exempel
Om systemets layout ar som foljer ... Da ar kraven ...
= Trippel: 1 5 msL1+L4
L2 Q 2 |L1+L2+L3+L4<100 m
<
L3 3 |L2<20m
@ 4  |L2-L4=10m
T L4 Q 5 |H1<30m
6 |H2<0,5m
oY
= @ standard

Om storre vatskerér ska anvandas maste inomhusenheterna

installeras lagre an utomhusenheten.

Sl
S

S@

5.3.2

= Anvand polyetenskum som isoleringsmaterial:

Isolering av kéldmedierdéren

= med en varmedverféringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/
mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)

* med en varmebestandighet pa minst 120°C

A VARNING

Om strommatningen saknar eller har fel N-fas kan
utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en
vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning for
telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE
kommer i kontakt med vassa kanter eller ror, sarskilt pa
hogtryckssidan.

= Anvand INTE skarvade kablar, fatradiga ledare,
férlangningssladdar eller fasférdelade anslutningar. De
kan orsaka 6verhettning, elektrisk chock eller eldsvada.

= Installera INTE en fasforskjutande kondensator,
eftersom enheten &r forsedd med en inverter. En
fasforskjutande kondensator férsamrar prestandan och
kan orsaka olyckor.

= Isoleringens tjocklek VARNING
Omgivningstempera Fuktighet Minsta tjocklek = All kabeldragning FAR ENDAST utféras av en
tur auktoriserad elektriker och MASTE félja géllande
<30°C 75% till 80% RH 15 mm bestammelser.
>30°C >80% RH 20 mm = Gor alla elektriska anslutningar till den fasta
kabeldragningen.
= . = Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla
5.4 Forbereda dragnlng av elkablar elektriska  konstruktioner SKALL fdlia gallande
bestammelser.
5.4.1 Om att forbereda dragning av elkablar
VARNING
INFORMATION Anvand  ALLTID  flerkédmiga  kablar il
Las &aven sakerhetsforeskrifterna i kapitlet “Allmanna stromforsorjningsledningar.
sakerhetsforeskrifter”.
INFORMATION
Las aven "6.8.5 Specifikationer for standardkablar" [» 23].
Installatérens referenshandbok DAIKIN RZA200+250D7Y1B
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6 Installation

6 Installation

6.1 Oversikt: Installation

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora och veta
for installation av systemet.

Typiskt arbetsflode

Installation bestar vanligtvis av féljande moment:
= Montering av utomhusenheten.

= Montering av inomhusenheten.

= Anslutning av kylmediumror.

= Kontroll av kylmediumréren.

= Pafylining av kylmedium.

= Anslutning av elkablar.

= Slutférande av installation av utomhusenheten.

= Slutférande av installation av inomhusenheten.

INFORMATION

| installationshandboken fér inomhusenheten finns
information om installation av inomhusenheten (montering
av inomhusenheten, anslutning av kylmediumror il
inomhusenheten, anslutning av elkablar till
inomhusenheten o.s.v.).

6.2 Oppna enheterna

6.2.1 Om att 6ppna enheterna

Vid vissa tillfallen maste enheten 6ppnas. Exempel:
= Vid anslutning av kéldmediumror
= Vid anslutning av elledningarna

= Vid underhall och service pa enheten

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Lamna INTE enheten obevakad nar serviceluckan har
avlagsnats.
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Hur du 6ppnar utomhusenheten

FARA: RISK FOR ELCHOCK

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR
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6.3 Montering av utomhusenheten

6.3.1 Om montering av utomhusenheten

Typiskt arbetsflode

Montering av utomhusenheten bestar vanligtvis av féljande steg:
1 Ombesorja installationsstrukturen.

Installera utomhusenheten.

Ombesorja dranering.

Forhindra att enheten faller omkull.

a b~ wWwN

Skydda enheten mot sné och vind genom installation av ett
sndskydd och avskarmningsplatar. Se "Forbereda
installationsplatsen" i "5 Forberedelse" [» 9].

6.3.2 Forsiktighetsatgarder vid montering av
utomhusenheten

INFORMATION

Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i féljande
kapitel:

= Allmanna forsiktighetsatgarder

= Forberedelser

6.3.3 Sa har forbereder du
installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och niva sa att enheten inte
orsakar driftsvibrationer eller brus.

Fast enheten ordentligt med hjalp av grundbultarna enligt
grundritningen.

Forbered 4 uppsattningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas
lokalt) enligt nedan:

(mm)

a Var noga med att inte tdcka Over dréneringshalen pa
enhetens bottenplat.

INFORMATION

Den rekommenderade hoéjden av den 6vre utskjutande
delen av bultarna ska vara 20 mm.
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6 Installation

@ NOTERING

Montera utomhusenheten pa fundamentbultarna med
muttrar och plastbrickor (a). Om rostskyddsbeldggningen
pa fastomradet forsvinner kan rost uppsta pa metallen.

Ll

6.3.4 Sa har installerar du utomhusenheten

6.3.5 Sa har gor du dréaneringen

= Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

= Montera enheten pa ett underlag som kan sakerstélla lamplig
dranering for att undvika uppbyggnad av is.

= Ordna med draneringsrannor runt fundamentet sa att spillvatten
kan rinna bort fran enheten.

= Undvik att lata draneringsvatten rinna 6ver gangbanor eftersom
vattnet kan frysa vid kalla temperaturer och géra gangbanan hal.

= Om du installerar enheten pa en ram, ska en vattentat platta inom
150 mm pa enhetens undersida installeras. Pa satt forhindrar du
att vatten kommer in i enheten och undviker att draneringsvattnet
droppar (se bilden som féljer).

INFORMATION

Vid behov kan du anvanda ett draneringstrag (anskaffas
lokalt) for att férhindra att draneringsvatten droppar.

@ NOTERING

Om enheten INTE KAN installeras helt plant ska lutningen
alltid vara mot baksidan pa enheten. Detta kravs for korrekt
dranering.

@ NOTERING

Om draneringshalen pa utomhusenheten tacks av
monteringsfasten eller golvet far du hoja upp enheten sa
att det blir mer an 150 mm mellan utomhusenhetens
underkant och fundamentet.

Dréneringshal (matt i mm)

Utloppssida

Avstand mellan férankringspunkter
Bottenram

Draneringshal

Utstansat hal for sno

moow>

Sno

| regioner med snoéfall kan sné samlas och frysa till mellan
varmevaxlaren och enhetens hdlje. Detta kan minska drifteffekten.

INFORMATION

Vi foreslar att du installerar tillvalet bottenplatvarmare
(EKBPH250D7) nar enheten installeras i kallt klimat.

6.3.6 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Om enheten installeras pa en plats dar kraftiga vindar kan rubba
enheten ska foljande atgarder vidtas:

1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild
(anskaffas lokalt).

Placera de 2 kablarna ¢ver utomhusenheten.

For in en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
att forhindra att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).

4 Fast kabeldndarna och dra at dem.
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12 Tekniska data

§>— Spridare 4 Farger: BLK: svart, RED: réd, BLU: bla, WHT: vit, GRN: grén
Ackumulator (4) Forklaring
Engelska Oversittning
. . B . . . Legend Forklaring
A Lokal rérdragning (vatska: @9,5 mm ihopklamt ror) Optional Tillval
iona illva
B Lokala ror (gas: ©@25,4 mm ihopklamt ror) P:rt e Delnummer
- Uppvarmning Description Beskrivning
—— Kylning
A1P Kretskort (huvudkretskort)
12.4 Kopplingsschema: Utomhusenhet AZP Kretskort (brusfilter)
Kabelsch . N h | g g A3P Kretskort (inverterare)
abelschemat medfdljer enheten och finns placerad pa insidan av .
serviceluckan. A4P Kretskort (flakt)
(1) Koppli h A5P Kretskort (behovsstyrning)
opplingsschema
pping = C503, C506 C507 Kondensator
Engelska Oversittning (A3P)
Connection diagram Kopplingsschema DS1,DS2 (A1P) DIP-switch
Only for *** Endast for ™ E1H Varmare for bottenplaten
See note *** Se anmarkning *** E1HC Vevhusvarmare
Outdoor Utomhus F1U (A1P) Sakring (T 3,15 A/250 V)
Indoor Inomhus F8U, FU Sakring (F)
Upper EEV Ovre elektronisk F101U (A4P) Sékring
expansionsventl F101U, F102U (A2P Sakri
Lower EEV Nedre elektronisk ’ ( ) ? r!ng
expansionsventil F601U (A3P) Sakring
Fan Flakt HAP (A1P, A3P, Lampa (servicemonitor — grén)
ON PA A4P)
OFF AV K1R (A1P) Magnetrela (Y2S)
K3R (A3P) Magnetrela
(2) Layout I K3R (A1P) Magnetrels (Y3S)
Engeiska Sl K5R (A1P) Magnetrels (E1HC)
Layout Lay°“t_ K7R (A1P) Magnetrela (E1H)
Front Framsidan L1R Reaktor
Left Vénst
Be " BaES'jr M1C Kompressormotor
ac areidan M1F Flaktmotor
Position of compressor terminal  |Position fér kompressorterminal .
PS (A1P,A3P) Huvudstrombrytare
(3) Anmérkningar Q1DI Jordfelsbrytare
Engelska Oversittning Q1LD (A1P) Jordfelsbrytare
Notes Anmaérkningar R1T (A1P) Termistor (luft)
+ Anslutning R2T Termistor (utlopp)
X1M Kommunikation inomhus/ R3T Termistor (insugsror)
utomh.us R4T Termistor (varmevaxlare utlopp)
I — Jordning R5T Termistor (varmevéxlare férgrening)
gnskaffas lokalt R6T Termistor (vatskeror)
kyddsjord
yadsjor R7T Termistor (M1C hus)
Lokal trad R24 (A4P) Motstand (strémsensor)
Kablage beroende pa modell R300 (A3P) Motstand (strémsensor)
Extrautrustning S1PH Hogtrycksbrytare
Kopplingsbox S1PL Lagtrycksbrytare
Kretskort SEG1~SEG3 (A1P) 7-segmentdisplay
ANMARKNINGAR: T1A Strémsensor
. ) ) . ) \ V1D (A3P) Diod
1 Pa kopplingsschemats etikett (pa baksidan av frontplaten) )
finns information om hur du anvénder BS1~BS3 och VIR (A3P, A4P) Diodmodul
DS1+DS2-brytarna. X*A Kontaktdon
2 Kortslut inte skyddsenheterna S1PH och S1PL vid drift. X*M Kopplingsplint
| kombinationstabellen och tillbehdrshandboken finns Y1E Elektronisk expansionsventil
instruktioner for kabeldragning till X6A, X15A och X77A. (huvudventil)
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13 Ordlista

Extrautrustning

Utrustning som tillverkats eller godkants av Daikin kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt

Y2E Elektronisk expansionsventil
(insprutning)

Y2S Solenoidventil (4-vagsventil)

Y3S Solenoidventil (tryckutjamning)

Z*C Brusfilter (ferritkarna)

Z1F Brusfilter

12.5 Informationskrav for Eco Design

Folj stegen nedan for att se Energy Label — Lot 21-data for enheten
och kombinationer av utomhusenheter och inomhusenheter.

1 Gatill féljande webbsida: https://energylabel.daikin.eu/
2 Ga vidare genom att valja:

= "Continue to Europe" fér den internationella webbplatsen.
= "Other country" for en nationell sida.

Resultat: Du kommer till webbsidan "Seasonal efficiency".

3 Under "Eco Design — Ener LOT 21" klickar du pa "Generate
your data".

Resultat: Du kommer till webbsidan "Seasonal efficiency (LOT
21)".

4 Folj instruktionerna pa webbsidan for att valja ratt enhet.

Resultat: Nar valet ar gjort kan LOT 21-databladet visas som PDF
eller HTML-webbsida.

INFORMATION

Aven andra dokument (till exempel handbécker) kan
hamtas fran den resulterande webbsidan.
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Aterforsiljare
Aterforséljare av produkten.

Behorig installator
Tekniskt kunnig person som ar behorig for att installera
produkten.

Anvéandare
Person som ager och/eller anvander produkten.

Gallande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, forordningar och/eller koder som ar relevanta
och galler for en sarskild produkt eller doman.

Serviceforetag
Behdrigt foretag som kan utféra eller samordna nddvandig
service pa enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok for en sarskild produkt eller
applikation, forklarar hur du installerar, konfigurerar och
underhaller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver hur man anvander produkten.

Underhallsanvisningar
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver (om det ar relevant) hur produkten eller
applikationen installeras, konfigureras, anvands och/eller
underhalls.

Tillbehor
Etiketter, handbdcker, informationsblad och utrustning som
levereras med produkten och som ska installeras i enlighet
med instruktionerna i den medféljande dokumentationen.

Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.
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