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1 | Apie dokumentacija

1 Apie dokumentacija

1.1 Apie sj dokumentg

Tiksliné auditorija

Jgaliotieji montuotojai

INFORMACUA

[ J

l Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams
parduotuvése, lengvosios pramoneés jmonése ir Zemeés Ukiuose arba ne specialistams
— komerciniais bei buitiniais tikslais.

|SPEJIMAS
Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés priezitros ir remonto darbai bei

naudojamos medziagos atitikty Daikin instrukcijas. Be to, batina laikytis visy taikomy
teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir
teritorijose, kur galioja IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACUA

Siame dokumente pateikiamos tik su lauko bloku susijusios jrengimo instrukcijos.
Informacijos apie tai, kaip jrengti patalpos bloka (jj sumontuoti, prijungti Saltnesio
vamzdyna ir elektros laidus...), rasite patalpos bloko jrengimo vadove.

i @

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau apibtdinama viso rinkinio
sandara:

= Bendrosios saugos atsargumo priemoneés:
- Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti pries jrengiant
- Formatas: popierinés (lauko bloko dézéje)
= Lauko bloko jrengimo vadovas:
- Jrengimo instrukcijos
- Formatas: popierinés (lauko bloko dézéje)
= Trumpasis montuotojo vadovas:
- Pasiruosimas jrengti, nuorodos...

- Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje Daikin
interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos — vertimai.

Techniniai inZineriniai duomenys
= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetaingje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal
(taikomas tapatumo nustatymas).

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

2 Bendrosios atsargumo priemonés

2.1 Apie dokumentacija

= Originali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis
yra vertimai.

= Siame dokumente apradytos atsargumo priemonés yra labai svarbios, todél jy
bltina paisyti.

= Sistemos jrengimo darbus ir visus veiksmus, aprasytus jrengimo vadove bei
montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti jgaliotasis montuotojas.

2.1.1 Jspéjimy ir simboliy reikSmés

PAVOJUS

Nurodo situacijg, dél kurios galima zati arba sunkiai susizaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacija, dél kurios galima mirtis nuo elektros sroves.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

Nurodo situacijg, kurios neiSvengus galima nusideginti / nusiplikyti dél itin aukstos
arba Zzemos temperatiros.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.

|SPEJIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galima zati arba sunkiai susizaloti.

ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

DEMESIO

Nurodo situacijg, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PASTABA

Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

S

INFORMACUA

Nurodo naudingus patarimus arba papildoma informacija.

Ant bloko naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas
I::I;i:l Pries jrengdami perskaitykite jrengimo ir eksploatacijos
vadovg bei elektros instaliacijos instrukcijy lapa.
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

Simbolis Paaiskinimas

@ PrieS pradedami vykdyti techninés ir bendrosios priezitiros

darbus, perskaitykite priezitros vadova.

|I|I Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo

nuorody vadove.

‘ﬁ Jrenginyje yra sukamuyjy daliy. Vykdydami jrenginio priezitros
bei patikros darbus, bkite atsargus.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas
Pateikiamas iliustracijos pavadinimas arba nuoroda j ja.
Pavyzdys: @ "1-3 pav. pavadinimas" reiskia "3 pav. i$
1 skyriaus".
@ Pateikiamas lentelés pavadinimas arba nuorodaj ja.

Pavyzdys: = "1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé is
1 skyriaus".

2.2 Montuotojui

2.2.1 Bendroji informacija

Jei NEZINOTE, kaip jrengti ar eksploatuoti bloka, susisiekite su savo jgaliotuoju

atstovu.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

vamzdziy arba vidiniy daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per salti.
Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatlrg. Jei reikia liesti, mavékite
apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

ISPEJIMAS

Netinkamai sumontavus ar prijungus jrangg ar priedus, gali istikti elektros smugis,
jvykti trumpasis jungimas, nuoteékis, kilti gaisras ar kitaip bati sugadinta jranga.
Naudokite tik Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildoma jrangg ir
atsargines dalis.

ISPEJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi atitikti taikomus teisés aktus
(virSesni uz Daikin dokumentacijoje aprasytas instrukcijas).

DEMESIO

Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos priezilra, batinai dévékite
atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

A\
A
A
A
A

ISPEJIMAS

Suplésykite ir iSmeskite plastikinius pakavimo maisus, kad vaikai su jais nezaisty.
Galimas pavojus: uzdusimas.

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobsCiu maziems
gyvineéliams. Maziems gyvineliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzsidegti.

DEMESIO
= Ant jrenginio viraus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

PASTABA

Lauke naudojamas jrenginys turéty bati eksploatuojamas esant sausam orui, kad
bdty iSvengta vandens patekimo.

DEMESIO
NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy.

Vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, gali reikéti vesti Zurnalg, kuriame bty
registruojama bent informacija apie technine prieziirg, remontg, bandymy
rezultatus, budéjimo laikotarpius ir kt.

Be to, ant gaminio (pasiekiamoje vietoje) TURI blti pateikta bent tokia informacija:
= sistemos iSjungimo avarinéje situacijoje instrukcijos;
= gaisrinés, policijos ir ligoninés pavadinimai ir adresai;

= priezidrg vykdancios jmonés pavadinimas, adresas, dieninis ir naktinis telefono
numeriai.

Europoje reikiamos informacijos apie §j Zurnalg rasite standarte EN378.

2.2.2 Montavimo vieta

= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei priezilrai ir oro cirkuliacijai.

= Jsitikinkite, kad jrengimo vieta atlaikys bloko svorj ir vibracija.

= PasirGpinkite, kad zona buty gerai védinama. NEUZBLOKUOKITE jokiy ventiliacijos
angy.

= Pasirpinkite, kad jrenginys bdty sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= Vietose, kur yra galimai sprogiy dujuy.

= Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidZianciy jrenginiy.
Elektromagnetinés bangos gali sugadinti valdymo sistemg ir neleisti jrangai
normaliai veikti.

= Vietose, kur galimas gaisras dél degiy dujy nuotékio (pvz., skiediklio arba
benzino), anglies pluosto arba degiy dulkiy.

= Vietose, kur issiskiria korozijg sukelianciy dujy (pvz., sieros ragsties dujos). Dél
variniy vamzdziy arba suvirinty daliy korozijos gali iStekéti ausalas.

Jrangos su Saltnesiu R32 instrukcijos
|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

|SPEJIMAS
= NEBADYKITE ir nedeginkite.

= NENAUDOKITE priemoniy, skirty atitirpinimo procesui ar jrangos valymui
spartinti, iSskyrus rekomenduojamas gamintojo.

= Atminkite: Saltnesis R32 yra bekvapis.

ISPEJIMAS

Prietaisg butina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.
Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur neblty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy Sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti toliau nurodytas rekomendacijas.

ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés prieZilros bei remonto darbai
blty vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojanciy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti tik jgalioti asmenys.

A
A
A
A

ISPEJIMAS
Jei vienas ar daugiau kambariy sujungti su bloku per kanaly sistema, uztikrinkite, kad:

= Salia nebaty veikianciy uzdegimo saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikiancio dujinio
prietaiso ar elektrinio Sildytuvo), jei plotas nesiekia minimalaus grindy ploto A
(m?);

= kanaly sistemoje neblty jrengta pagalbiniy jtaisy, kurie gali tapti potencialiais
uzdegimo Ssaltiniais (pvz., karsty pavirsiy, kuriy temperattra virsija 700°C, ar
elektriniy perjungimo jtaisy);

kanaly sistemoje bty naudojami tik gamintojo patvirtinti pagalbiniai jtaisai;

= oro jvadas IR iSvadas turi bati kanalais tiesiogiai prijungti prie to paties kambario.
Vietoj oro jleidimo ar isleidimo kanalo NENAUDOKITE tarpy, pvz., pakabinamujy
luby.

®

PASTABA

= Reikia imtis atsargumo priemoniy siekiant iSvengti pernelyg didelés Saldymo
vamzdyno vibracijos arba pulsavimo.

= Apsauginiai jrenginiai, vamzdynas ir jungtys turi bati (kiek jmanoma) apsaugotos
nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Reikia imtis priemoniy dél ilgy vamzdyno atkarpy plétimosi ir traukimosi reiskiniy.

= Vamzdynas Saldymo sistemose turi bati suprojektuotas ir jrengtas taip, kad bty
maksimaliai sumazinta sistemg galincio apgadinti hidraulinio smagio tikimybe.

Patalpos jranga ir vamzdziai turi bati saugiai sumontuoti ir apsaugoti taip, kad
nebUty galima netycia pazeisti jrangos arba vamzdziy, pvz., pernesant baldus ar
darant remonta.

A

DEMESIO

leskodami Saltnesio nuotéekiy, NENAUDOKITE potencialiy uzdegimo Saltiniy.

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

@ PASTABA
= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

= Techninei prieZiGrai bus pasiekiami jrengimo metu tarp saltnesio sistemos daliy
sumontuoti lankstai.

Reikalavimai jrengimo erdvei

|SPEJIMAS
Jei prietaisuose yra SaltneSio R32, patalpos, kurioje jrengiami, eksploatuojami ir

sandéliuojami prietaisai, grindy plotas TURI bati didesnis nei minimalus grindy plotas,
nurodytas toliau pateikiamoje A lenteléje (m?). Tai taikoma:

= patalpos blokams be SaltnesSio nuotéekio jutiklio. Jei patalpos blokas turi Saltnesio
nuotékio jutiklj, Zr. jrengimo vadova;

® lauko blokams, jrengtiems arba sandéliuojamiems patalpoje (pvz., Ziemos sode,
garaze, techninéje patalpoje ir pan.);

= vamzdynams nevedinamose vietose.

@ PASTABA
* Vamzdynas turi bati apsaugotas nuo fiziniy pazeidimy.

® Vamzdynas turi bati kiek jmanoma mazesnis.

Kaip nustatyti minimaly grindy plota

1 Nustatykite bendrajg sistemos Saltnesio jkrovg (= gamykliné 3altnesio jkrova @
+ @ papildomas jleistas Saltnesio kiekis).

M Contains fluorinated greenhouse gases

e I
iy

|‘. 9 0+0- |kg
GWP x k
mm)g tCOeq

2 Nustatykite, kurig diagramg arba lentele reikia taikyti.

» Patalpos blokams: ar jrenginys montuojamas ant luby (sienos), ar stovi ant
grindy?

= Jei lauko blokai jrengiami arba sandéliuojami patalpoje ir lauko vamzdziai
jrengiami nevédinamose vietose, tai priklauso nuo jrengimo aukscio:

Jei jrengimo aukstis yra... Tada reikia naudoti diagrama arba
lentele, skirta

<1,8m Ant grindy pastatytiems blokams

1,8<x<2,2 m Sieniniams blokams

>2,2m Ant luby sumontuotiems blokams

3 Nustatykite minimaly grindy plota, vadovaudamiesi diagrama arba lentele.
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés
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Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A,_, (m?)  m(kg)—A_ (m?) m(kg)—A_ (m?)
<1.842—— <1.842 —— <1.842——
1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 20—340
22—434 22—531 22—41.2
24——4.74 24—579 24—490
26—5.13 2.6—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 28—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
32—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 3.4—984
3.6——8.20 3.6—12.3 3.6—110
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
40——10.1 40—151 40—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44—123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48——21.8 48——196
50——15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 52——230
54—185 54—27.6 54——248
56——19.9 5.6—29.7 5.6——267
58——213 58—31.8 5.8——286
6.0—22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4—25.9 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72—328 7.2—49.0 7.2——441
74——347 74—518 7.4——466
7.6——36.6 7.6——54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8—57.5 7.8——518
7.956——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Bendroji sistemos Saltnesio jkrova

A

mn  Minimalus grindy plotas

(a) Ceiling-mounted unit (= ant luby sumontuotas blokas)
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

(b) Wall-mounted unit (= sieninis blokas)
(c) Floor-standing unit (= ant grindy stovintis blokas)

2.2.3 Saltnesis — R410A arba R32 atveju

Jei taikoma. Zr. jrengimo vadova arba montuotojo nuorody vadova, kur rasite
daugiau informacijos.

PASTABA

Pasirtpinkite, kad ausalo vamzdziai blty sumontuoti laikantis taikomy teisés akty.
Europoje taikomas standartas EN378.

PASTABA
Pasirtpinkite, kad vietinis vamzdynas ir jungtys NEBUTY jtemptos.

|SPEJIMAS

Atlikdami bandymus NIEKADA jrenginyje nepadidinkite slégio, kad jis virSyty
maksimaly leidziamg slégj (jis nurodytas ant gaminio informacinés lentelés).

|SPEJIMAS

Aptike SaltnesSio nuotékj, imkités reikiamy atsargumo priemoniy. Nutekeéjus Saltnesio
dujy, nedelsdami isvédinkite zong. Galimi pavojai

> P o ©

= Pernelyg didelé koncentracija uzdaroje patalpoje gali sukelti deguonies stygiy.

= Saltnesiui pasiekus ugnj, gali issiskirti nuodingy dujy.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Slégio mazinimas — SaltneSio nuotékis. Jie norite sumazinti slégj sistemoje ir
Saltnesio kontdre yra nuotékis:

>
u

= NENAUDOKITE bloko automatinio slégio mazinimo funkcijos, kuri leidzia surinkti
visg Saltnesj is sistemos j lauko bloka. Galima pasekmé: Kompresoriaus savaiminis
uzsiliepsnojimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

* Naudokite atskirg rekuperacijos sistemg, kad bloko kompresorius NEVEIKTY.

|SPEJIMAS

VISADA rekuperuokite $altnesj. NEISLEISKITE jo j aplinka. Jreng¢iai i$tustinti naudokite
vakuumo siurblj.

PASTABA

Prijunge visus vamzdzius patikrinkite, ar néra dujy nuotékio. Dujy nuotékiui nustatyti
naudokite azotg.

PASTABA

= Tam, kad nesultzty kompresorius, NEPILKITE SaltneSio daugiau, nei nurodytas
kiekis.

Qe P

= Kai reikia atidaryti 3altnedio sistemg, 3altne$j BUTINA sutvarkyti vadovaujantis
taikomais teisés aktais.
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS
Uztikrinkite, kad sistemoje nebity deguonies. Ausalg galima pilti tik atlikus

patikrinima dél nuotékio ir vakuuminj dziovinima.

Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus uzsidegimas ir sprogimas dél deguonies
patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Jei reikia papildyti atsargas, Zr. jrenginio vardine plokstele. Joje pateiktas Saltnesio
tipas ir reikiamas kiekis.

= Jrenginys gamykloje uZpildomas 3altnesiu ir, atsizvelgiant j vamzdZiy dydj ir ilgj,
kai kurias sistemas gali reikéti papildyti Saltnesiu.

= Naudokite tik sistemoje naudojamo ausalo tipui skirtus jrankius. Tai uZztikrins
atsparuma slégiui ir apsaugos, kad j sistemga nepatekty pasaliniy medziagy.

= Skysto ausalo jleiskite, kaip aprasyta toliau.

Jei Tada
Yra sifoninis vamzdis Pildydami cilindrg laikykite vertikalioje
(t.y., cilindras pazymétas “Prijungtas padetyje.
skyscio pildymo sifonas”)
Sifoninio vamzdZio NERA Pildydami cilindrg laikykite apversta.

AN

k']

= Ausalo cilindrus atidarykite létai.

= Jpilkite skysto auSalo. Jei jleisite ausalo dujy pavidalu, jrenginio veikimas gali
sutrikti.

DEMESIO
Pildami Saltnesj arba pristabde pildyma, nedelsdami uzdarykite SaltnesSio baliono

voztuva. Jei voztuvo iskart NEUZDARYSITE, dél likutinio slegio j sistema gali bati jpilta
papildomo Saltnesio. Galima pasekmé: netinkamas Saltnesio kiekis.

2.2.4 Druskos tirpalas

Jei taikoma. Zilirékite montavimo vadova ar programos diegimo vadova, kur
pateikiama daugiau informacijos.

ISPEJIMAS

A Druskos tirpalas TURI bati pasirinktas, atsizvelgiant j taikomus teisés aktus.

|SPEJIMAS

Atsiradus druskos tirpalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus druskos
tirpalo nuotékiui, nedelsdami isvédinkite vietg ir kreipkités j vietinj pardaveja.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS
Temperatlra jrenginio viduje gali pakilti auks¢iau uz patalpos temperatdrg, pvz., iki

70°C. Atsiradus druskos tirpalo nuotékiui dél jkaitusiy daliy jrenginio viduje gali
susidaryti pavojinga situacija.

ISPEJIMAS
Jrenginys TURI bati naudojamas ir montuojamas, laikantis saugumo ir aplinkosaugos

priemoniy, nurodyty taikomuose teisés aktuose.

2.2.5 Vanduo
Jei taikoma. ZiGrékite montavimo vadova ar programos diegimo vadova, kur
pateikiama daugiau informacijos.
PASTABA
Pasirlpinkite, kad vandens kokybé atitikty ES direktyvg 98/83 EB.
2.2.6 Elektra

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

® PrieS nuimdami skirstomosios dézés dangtj, prijungdami elektros laidus ar
liesdami elektros sistemos dalis, ATJUNKITE maitinima.

= Atjunkite elektros tiekimg ilgiau nei 10 minuciy ir pries pradédami priezidros
darbus iSmatuokite jtampg pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba
elektriniuose komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius komponentus,
jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS). Kontakty vieta rasite elektros
instaliacijos schemoje.

= NELIESKITE elektros sistemos komponenty Slapiomis rankomis.

= NEPALIKITE jrenginio be priezilros su nuimtu priezitros dangciu.

I|SPEJIMAS

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko

iSjungimo pagal virsjtampio kategorijos Ill sglygg priemoneés su atskirais kontaktais

kiekviename poliuje turi bti prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ﬁ ISPEJIMAS
* Naudokite TIK varinius laidus.

= Patikrinkite, ar iSoriniai elektros laidai atitinka taikomy teisés akty reikalavimus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI badti sujungti pagal instaliacijos schemag,
pridedama prie gaminio.

= NIEKADA neprispauskite kabeliy pyneés ir uZtikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdziais ir astriais krastais. Stebeékite, kad gnybty jungciy neveikty iBorinis
slégis.

= Nepamirskite jrengti jZeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jzeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virSjtampiy ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu.
Netinkamai jZeminus sistema, galimas elektros smugis.

* Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.

= Batinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

® Nepamirskite jrengti apsaugg nuo nuotékio j Zzeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros smugj arba gali kilti gaisras.

® Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksmui), kad neblty be reikalo
jjungiama apsauga nuo nuotékio j Zeme.

DEMESIO
= Jungdami prie maitinimo tinklo, pirmiausia prijunkite jZeminimo kabelj, tada

junkite sroveés jungtis.

= Atjungdami maitinimg, pirmiausia atjunkite srovés kabelius, o po to — jZeminimo
jungtj.

= Laidininky, jungianc¢iy maitinimo jtempio atleidimo blokg su kontakty bloku, ilgis
turi bati toks, kad sroveés laidai bty jtempiami pries jZzeminimo laida (jei kartais
maitinimo laidai atsijungty nuo jtempio atleidimo bloko).

PASTABA
Atsargumo priemoneés tiesiant elektros laidus:

Y[ o Je
v X X

* Prie maitinimo Saltinio gnybty bloko NEJUNKITE skirtingo storio laidy (kabantys
maitinimo laidai gali sukelti per didelj kaitimg).

= Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esanciame paveikslélyje.

* Naudokite nurodytg maitinimo laida ir jj tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad
apsaugotumeéte nuo iSorinio spaudimo, veikiancio gnybty skyda.

= Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvas su maza galvute
pazeis varzto galvute, todél bus nejmanoma tinkamai priverzti.

= Perverzus gnybty varztus, jie gali lGzti.

Maitinimo kabeliai turi bGti bent 1 m atstumu nuo televizoriy arba radijo imtuvy,
kad nebaty trukdziy. Tam tikroms radijo bangoms 1 m atstumo gali nepakakti.

ISPEJIMAS
= Sujunge elektros prietaisus patikrinkite, ar visos elektros sistemos dalys ir gnybtai

elektros instaliacijos déZutéje saugiai sujungti.

= Pries jjungdami jrenginj batinai uzdarykite visus dangcius.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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PASTABA
Taikoma tik tuo atveju, jeigu yra trijy faziy maitinimo jvadas ir kompresorius gali

veikti JJUNGTI/ISJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra faziy svyravimo galimybé po trumpalaikio elektros srovés nutrikimo ir
maitinimo jsijungimo ir iSsijungimo gaminiui veikiant, prijunkite vietine apsaugos nuo
faziy svyravimo grandine. Gaminj eksploatuojant esant faziy svyravimui gali sugesti
kompresorius ir kitos dalys.
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3 Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

Visada laikykités ir atsizvelkite | toliau nurodytas saugos instrukcijas bei
reglamentus.

Bloko jrengimas (Zr. sk. "6 Jrenginio montavimas" [» 27])

|SPEJIMAS
Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medziagos ir jrengimo eiga turi

atitikti galiojancius teisés aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Jrengimo vieta (Zr. sk. "6.1 Jrengimo vietos paruosimas" [» 27])

DEMESIO

= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj. Prastai jrengus, kils pavojus. Be
to, gali atsirasti vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdveés priezidrai.

= NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis arba siena, nes kitaip gali
atsirasti vibracija.

|SPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas patalpoje, kurioje néra pastoviai veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

> P

Bloko atidarymas (Zr. "6.2 Bloko atidarymas" [» 31])

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

NEPALIKITE jrenginio be priezilros su nuimtu priezitros dangciu.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

> B P

Saltnesio vamzdyno prijungimas (zr. sk. "7.2 Ausalo vamzdZiy
prijungimas" [» 37])

DEMESIO

>

® Gabenant blokus su R32 3altnesiu, vietoje draudziami kietojo litavimo ir
suvirinimo darbai.

® Jrengiant Saldymo sistema, dalys, iS kuriy bent viena yra uzpildyta, turi bati
jungiamos vadovaujantis toliau nurodytais reikalavimais:

= Gyvenamosiose erdvése draudziama jrengti nenuolatines R32 Saltnesio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai sujungti patalpos bloka su
vamzdynu. Vietoje jrengiamos jungtys, tiesiogiai jungiancios vamzdyng su
patalpos blokais, turi blti nenuolatineés.

Trumpasis montuotojo vadovas
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3 | Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

DEMESIO

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko, neprijungdami vamzdyno prie
patalpos bloko (pvz., siekdami prijungti jj véliau).

ISPEJIMAS

* Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti sprogima ir nelaiminga
atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy. Jy visuotinio atsilimo
potencialo (GWP) rodiklio verté yra 675. NEISLEISKITE &iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA mivéti apsaugines pirstines ir dévéti apsauginius akinius.

DEMESIO
* NETEPKITE praplatintos dalies mineraline alyva.
= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE vamzdeliy is anksciau sumontuoty sistemy.

= Siekiant uZztikrinti ilgg Sio R32 jrenginio tarnavimo laikg, NIEKADA prie jo
nemontuokite dZiovintuvo. Sausinamoji medziaga gali istirpti ir paZeisti sistema.

DEMESIO
= Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.

= Siekdami isvengti dujy nuotékio, Saldymo alyvg tepkite tik iSplatéjimo viduje.
Naudokite Saldymo alyva, skirtg R32.

= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

ISPEJIMAS

Prie$ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite Saltnesio vamzdyna. Jei Saltnesio
vamzdynas NEBUS prijungtas ir paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo
voztuvas, bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys nenormalus slégis ir gali
blti apgadinta jranga arba netgi kas nors gali biti suzalotas.

DEMESIO

* Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

> B B B B P

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad iSvengtumeéte dujy nuotékio,
naudokite naujai praplatintus galus.

= Naudokite klgines verzles, pridedamas prie jrenginio. Naudojant kitokias kdgines
verzles gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

Saltnesio jkrovimas (zr. sk. "8 Au3alo jleidimas" [» 47])

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas 3altnesis yra Siek tiek liepsnus.

|SPEJIMAS

Jrenginyje esantis Saltnesis yra Siek tiek liepsnus, taciau paprastai jis NENUTEKA.
Saltnesiui istekéjus j patalpa ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

> B

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite patalpa ir susisiekite su jgaliotuoju
atstovu, is$ kurio pirkote jrenginj.

NENAUDOKITE jrenginio, kol priezitros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dél kurio
iStekéjo Saltnesio, suremontuota.
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ISPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio Saltnesio. Kitaip dél nusalimo gali atsirasti rimty
Zaizdy.

ISPEJIMAS

* Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medZiagos gali sukelti sprogima ir nelaiminga
atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy. Jy visuotinio atsilimo
potencialo (GWP) rodiklio verté yra 675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA mivéti apsaugines pirstines ir dévéti apsauginius akinius.

> B P

DEMESIO

Siekdami isvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE ausalo daugiau nei nurodyta.

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "9 Elektros instaliacija" [» 51])

|SPEJIMAS

= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros
instaliacija TURI atitikti taikomus teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti
taikomus teisés aktus.

> P

ISPEJIMAS

= Jei maitinimo Saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga gali
sugesti.

Prijunkite tinkama jZeminima. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
pagalbiniu vamzdziu, virSjtampio ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai jZeminta sistema gali sukelti elektros smagj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés pertraukiklius.

Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy savarzomis, kad jie NESILIESTY prie astriy
briauny ar vamzdziy, ypac auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy, suvytyjy laidy, ilgintuvy ar
prijungimy nuo ZvaigZzde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimg, elektros
smugj arba gaisra.

* NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje
jrengtas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasuma ir gali
bati nelaimingo atsitikimo priezastimi.

ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm tarpu tarp kontaktiniy
tasky, uztikrinantj visiskg atjungima pagal virsjtampio Il kategorija.

> B P

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti pavojy jj TURI pakeisti
gamintojas, jo priezilros agentas arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

Trumpasis montuotojo vadovas
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3 | Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj
arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
* Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt. komponenty maitinimo nuo kontakty
bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés izoliacijos neturinCiy variniy
vamzdziy, nes tokie vamzdziai labai jkaista.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra maitinamos elektra. Nelieskite jy
plikomis rankomis.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries pradédami priezitros darbus
iSmatuokite jtampa pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétumeéte liesti elektrinius komponentus, jtampa TURI bati
Zzemesné nei 50 V (NS). Kontakty vieta rasite elektros instaliacijos schemoje.

> B> B B P

Lauko bloko jrengimo uzbaigimas (zr. "10 Lauke naudojamo jrenginio montavimo
pabaiga" [» 57])

é PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.
= Prie$ pradédami priezitros darbus, atjunkite elektros tiekima.

® Pries jjungdami elektros tiekimg, sumontuokite jungikliy dézutés dangtj.

Konfigliracija (zr. sk. "11 Konfiglracija" [» 58])

DEMESIO
Atgal montuodami instaliacijos skydo dangtj, bukite atidls, kad neprispaustumeéte

ventiliatoriaus variklio jvado laido.

Techniné ir bendroji priezitira (zr. sk. "14 Techniné prieZidra ir tvarkymas" [» 65])

A\
ZAN

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
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3 | Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

ﬁ ISPEJIMAS
= Pries atlikdami bet kokius prieZiGros arba taisymo veiksmus, VISADA isjunkite

tiekimo skydo grandinés pertraukiklj, iSimkite saugiklius arba atidarykite jrenginio
saugos jtaisus.

* 10 min. po maitinimo Saltinio isjungimo NELIESKITE daliy, kuriomis teka elektros
srove, nes gali kilti aukstos jtampos pavojus.

Atkreipkite démesj, kad kai kurios elektros instaliacijos dézutés dalys yra
jkaitusios.

Jokiu bGdu NELIESKITE laidZios dalies.

= NEPLAUKITE jrenginio. Tai gali sukelti elektros smugj arba gaisra.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Naudokite $j kompresoriy tik su jZeminta sistema.
= Pries pradédami kompresoriaus priezitros darbus, iSjunkite maitinima.

= Atlike priezilros darbus, prijunkite atgal jungikliy dézutés dangtj ir prieziGros
dangtj.

DEMESIO

Visada dévekite apsauginius akinius ir mavékite apsaugines pirstines.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

= Kompresoriui nuimti panaudokite vamzdziy pjoviklj.

> > b

= NENAUDOKITE kietojo litavimo antgalio.

* Naudokite tik patvirtintus Saltnesius ir tepimo priemones.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

NELIESKITE kompresoriaus plikomis rankomis.

>

Trikciy salinimas (zr. sk. "15 Trikciy Salinimas" [» 67])

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

|SPEJIMAS

= Tikrindami jrenginio jungikliy dézute, VISADA jsitikinkite, kad jrenginys atjungtas
nuo pagrindinio maitinimo $altinio. ISjunkite atitinkama grandinés pertraukiklj.

> B P

= Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite jrenginj, issiaiskinkite, kodél
buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iS naujo paleiskite jrenginj.
NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisy ir nekeiskite jy gamykloje nustatyty
reikSmiy. Jei negalite rasti problemos priezasties, kreipkités j pardaveja.

Trumpasis montuotojo vadovas
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3 | Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

ISPEJIMAS
Siekiant iSvengti pavojaus dél netycia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, Siam

jrenginiui maitinimas NEGALI bati tiekiamas per iSorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir
jis negali bati prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai JJUNGIA arba ISJUNGIA
jrenginys.

c PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Kai jrenginys neveikia, PCB Sviesos diodai issijungia, kad bty taupoma energija.

= Net kai Sviesos diodai nesviecia, kontakty blokas ir PCB gali bati maitinami.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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4 Apie deze

4.1 Apzvalga: apie déze

Siame skyriuje apradyta, ka reikia daryti j vietg pristacius déZes su lauko jrenginiu ir
vidaus jrenginiu.

Atminkite:

= Prie$ pristatant BUTINA patikrinti jrenginj, ar néra pazeidimy. Apie bet kokius
pazeidimus BUTINA nedelsiant pranesti vezéjo pretenzijy agentui.

= NeiSpakuotg jrenginj reikia prinesti kuo ardiau montavimo vietos, kad
nepazeistuméte jrenginio transportuodami.

= |$ anksto pasiruoskite kelig, kuriuo planuojate atgabenti bloka vidun.

4.2 lLauke naudojamas jrenginys

4.2.1 Lauke naudojamo jrenginio iSpakavimas

(@)

> e
N
\Vig
Q
|~
I
N
N
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4 | Apie déze

4.2.2 Lauke naudojamo jrenginio priedy nuémimas

1 Pakelkite lauke naudojama jrengin;.

DEMESIO
Lauko bloka galima nesti tik taip:

2 Nuimkite pakuotés apacioje esancius priedus.

ab © d e f
1x [1x 1x |1x

6
THEETe

a Lauko bloko jrengimo vadovas
b Bendrosios saugos atsargumo priemonés
¢ Fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy etiketé
d Daugiakalbé fluorinty siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketé
e Drenazo mova
f Sraigty maiselis (laidy fiksatoriams tvirtinti)
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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g Reduktoriaus mazgas
h Energijos etiketé
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5 | Apie bloka

5 Apie bloka

° INFORMACIA
l NEJMANOMA prijungti tik 1 patalpos vidaus jrenginj. Prijunkite bent 2 patalpy vidaus
jrenginius.

° INFORMACIA

l Priklausomai nuo jrenginiy ir (arba) montavimo salygy, gali tekti pirma sujungti
elektros instaliacijg ir tik tada jleisti ausala.

@ |SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas 3altnesis yra Siek tiek liepsnus.
ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

° INFORMACIUA

l Veikimo apribojimy rasite naujausiuose lauko bloko techniniuose duomenyse, kurie
pateikiami regioninéje "Daikin" svetainéje (pasiekiama viesai).

5.1 Apzvalga. Apie bloka

Siame skyriuje nagrinéjamos tokios temos:

= Lauko bloko identifikacija

5.2 ldentifikavimas

PASTABA
Vienu metu montuodami kelis jrenginius arba atlikdami jy technine priezitrg

pasiripinkite, kad NESUMAISYTUMETE skirtingy modeliy techninés prieZitros
skydeliy.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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5.2.1 lIdentifikavimo etiketé: lauke naudojamas jrenginys

Vieta

1}
I\
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6 | Jrenginio montavimas

6 Jrenginio montavimas

|SPEJIMAS
Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medziagos ir jrengimo eiga turi

atitikti galiojancius teisés aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Siame skyriuje

6.1 Jrengimo vietos paruosimas 27
6.1.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai 28
6.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai salto klimato zonose 30
6.2 Bloko atidarymas 31
6.2.1 Kaip atidaryti bloka... 31
6.2.2 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas 31
6.3 Lauko bloko montavimas 31
6.3.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavima 31
6.3.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj 32
6.3.3 Montavimo struktlros paruosimas 32
6.3.4 Kaip jrengti lauko bloka 33
6.3.5 Drenazo uztikrinimas 33
6.3.6 Lauke naudojamo jrenginio apsauga nuo nuvirtimo 34

6.1 Jrengimo vietos paruosimas

NEMONTUOKITE jrenginio vietose, kuriose daznai dirbama. Jeigu atliekant statybos
darbus (pvz., $lifavimo darbus) atsiranda daug dulkiy, jrenginj BUTINA uzdengti.

Pasirinkite tokia montavimo vietg, kad baty pakankamai vietos jrenginiui jnesti ir
iSnesti.

DEMESIO
= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj. Prastai jrengus, kils pavojus. Be

to, gali atsirasti vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdvés priezitrai.

* NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis arba siena, nes kitaip gali
atsirasti vibracija.

= Pasirinkite vietg, kurioje bloko veikimo triukSmas ir karStas (Saltas) oras niekam
netrukdyty.

= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei priezilrai ir oro cirkuliacijai.

= Venkite viety, kur galimas degiyjy dujy arba produkty nuotékis.

= Jrenginius, maitinimo kabelius ir rysio laidus montuokite bent 3 metry atstumu

nuo televizoriy ar radijo imtuvy, kad nebdty trukdZiy. Atsizvelgiant j radijo
bangas, 3 metry atstumo gali nepakakti.

PASTABA
NEDEKITE daikty po patalpos ar lauko bloku, kuris gali suslapti. Priedingu atveju ant

jrenginio arba SaltneSio vamzdziy gali susidaryti kondensato ir dél oro filtro
nesvarumy arba drenazo linijoje atsiradusiy kamsciy kondensatas gali pradéti laséti ir
sugadinti arba sutersti po jrenginiu esancius objektus.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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6 | Jrenginio montavimas

ISPEJIMAS
Prietaisas turi bati laikomas patalpoje, kurioje néra pastoviai veikianciy uzdegimo

Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio sildytuvo).

6.1.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai

INFORMACUA

Taip pat perskaitykite Siuos reikalavimus:

i

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 5].

= "7.1.3 Saltnesio vamzdyno ilgis ir aukcio skirtumas" [» 36].

Atsizvelkite j Sias erdvés rekomendacijas:
= Siena 1 puséje:
>100

<1200

ttito

&

= Siena 2 pusése:

« t } } b ]>100

a Oroisleidimo anga
b Orojleidimo anga

Palikite 300 mm darbinés erdvés nuo luby ir 250 mm vamzdyno bei elektros
sistemos priezilros darbams atlikti.

L

>300

@ PASTABA
= NEDEKITE jrenginiy vieny ant kity.

® NEKABINKITE jrenginio ant luby.

Trumpasis montuotojo vadovas
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6 | Jrenginio montavimas

Dél stipraus véjo (=18 km/h), puciancio j lauke naudojamy jrenginiy oro isleidimo
angg, susidaro uzdaras ciklas (iSmetamo oro jsiurbimas). Dél to gali:

= sumazéti eksploataciné galia;

= daznai susidaryti Serksnas Sildymo rezimu;

= atsirasti veikimo sutrikimy dél Zemo slégio sumaZéjimo arba auksto slégio
padidéjimo;

= sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus véjas nuolatos pucia j ventiliatoriy, jis gali
pradeti suktis labai greitai, kol sulds).

Rekomenduojama sumontuoti droseline sklende, jeigu j oro iSmetimo angg gali

pusti vejas.

Lauke naudojamus jrenginius rekomenduojama montuoti oro jsiurbimo angai esant

nukreiptai j sieng, o NE tiesiai pries véja.

a Skydineé ploksté
b Dominuojanti véjo kryptis
¢ Oroisleidimo anga

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= Garsui jautriose vietose (pvz., Salia miegamojo), kad jrenginio keliamas triukSmas
netrukdyty.
Pastaba: jeigu konkrecCioje montavimo vietoje matuojamas garsas, iSmatuota
verté gali bati didesné uZz duomeny knygos garso spektre nurodytg garso slégio
lygj dél aplinkos triukSmo ir garso atspindziy.

° INFORMACIA
l Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Vietose, kur atmosferoje gali bdti mineralinés alyvos rako, pursly arba gary.
Plastikinés dalys gali bati sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuoték;.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali sutrumpéti jo
eksploatavimo laikas:

= kur stipriai svyruoja jtampa;
= transporto priemonése ir laivuose;
= kur yra rtgsciy arba Sarminiy gary.

Jrengimas pajiryje. Pasirtpinkite, kad lauko blokas NEBUTY tiesiogiai veikiamas
jariniy véjy. Tuo siekiama isvengti korozijos, kurig sukelia druskingas oras, dél ko
gali sutrumpeéti bloko eksploatacija.

Sumontuokite lauko blokg atokiai nuo tiesioginiy jariniy véjy.

Pavyzdys: uz pastato.
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6 | Jrenginio montavimas

H HHBHBA

Jei lauko blokas sumontuojamas ten, kur j jj pucia tiesioginiai juriniai véjai,
sumontuokite skydg nuo véjo.

= Skydo nuo véjo aukstis > 1,5 x lauko bloko aukstis

= Montuodami skydg nuo véjo, atsizvelkite j prieZilros erdvés reikalavimus.
d

C
0 b

T
(mm|
a (mm|
# d m
c D

M o o

JUrinis véjas
Pastatas

Lauko blokas
Skydas nuo véjo

Qn T O

Lauko blokas suprojektuotas montuoti tik lauke, jei aplinkos temperattra patenka j
tokius intervalus:

Vésinimo reZzimas Sildymo rezimas
—10~46°C (sausojo —15~24°C (sausojo termometro)
termometro)

6.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai Salto klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojama jrenginj nuo sniego ir pasiripinkite, kad jo NIEKADA
neapsnigty.

Stogelis nuo sniego arba pasiareé
Padéklas

Dominuojanti véjo kryptis
Oro iSleidimo anga

Qn TOQO
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6 | Jrenginio montavimas

Rekomenduojama palikti bent 150 mm tarpg po bloku (jei pasitaiko intensyviy
snygiy — 300 mm). Be to, uztikrinkite, kad blokas kabéty bty bent 100 mm virs$
maksimalaus tikétino sniego lygio. Jei bitina, jrenkite padékla. Zr. skirsnj "6.3 Lauko
bloko montavimas" [» 31], kur rasite papildomos informacijos.

Vietovése, kur blna daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo vieta, kurioje
jrenginio  NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis, uztikrinkite, kad sniego
NEPATEKTUY ant Silumokaicio spiralés. Jei reikia, sumontuokite sniego dangtj arba
pastoge ir pagrinda.

6.2 Bloko atidarymas

6.2.1 Kaip atidaryti bloka

Tam tikrais atvejais reikés atidaryti jrenginj. Pavyzdys:
= Prijungiant ausalo vamzdelius
= Jungiant elektros laidus.

= Atliekant jrenginio technine priezidra.

é PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

NEPALIKITE jrenginio be priezilros su nuimtu priezitros dangciu.

6.2.2 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas

é PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

ff PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

6.3 Lauko bloko montavimas

6.3.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavima

Kada

Lauko ir patalpos blokai turi bati sumontuoti pries prijungiant Saltnesio vamzdyna.
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Jprastiné darbo eiga

Lauko jrenginio montavimas daZniausiai susideda is Siy etapy:

1 Montavimo konstrukcijos paruosimas.

2 Lauko jrenginio montavimas.

3 Nutekéjimo paruosimas.

4 Jrenginio apsaugojimas nuo sniego ir véjo, sumontuojant sniego dangtj ir
skydus. Zr. "6.1 Jrengimo vietos paruosimas" [» 27].

6.3.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj

INFORMACUA

[ ]
l Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais Siuose skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 5]

= "6.1 Jrengimo vietos paruosimas" [F 27]

6.3.3 Montavimo struktlros paruosimas
Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas jrenginys, tvirtumg ir lyguma, kad
veikdamas jrenginys nevibruoty ir nekelty triukSmo.

Jei vibracija gali bati perduodama pastatui, naudokite guminius vibracijos apsaugus
(vietinis tiekimas).

Bloka galima jrengti tiesiogiai betoninéje verandoje arba ant kito kieto pagrindo, jei
uztikrinamas tinkamas drenazas.

Saugiai pritvirtinkite jrenginj pagrindo varztais, kaip nurodyta pagrindo brézinyje.

Pasiruoskite 4 ankeriniy varzty (M8 arba M10), verzliy ir poverzliy rinkinius (vietinis

tiekimas).
Lfﬁﬂ

20 mm

@

(mm)

a 100 mm virs tikétino sniego lygio

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
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6.3.4 Kaip jrengti lauko bloka

6.3.5 DrenaZo uztikrinimas
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= Uztikrinkite tinkama kondensato nutekéjima.

Jrenkite blokg ant pagrindo, kad bdty uZtikrintas tinkamas nutekeéjimas ir
nesikaupty ledas.

Paruoskite vandens drenaZzo kanalg aplink pamatg, kad nuvestuméte vandens
nuotekas nuo bloko.

NELEISKITE, kad vanduo tekéty ant tako, nes kitaip jis gali uzsalti ir danga taps

slidi.

Jei montuosite blokg ant rémo, jrenkite vandeniui nepralaidzig plokste 150 mm

atstum

u nuo bloko apacios, kad j blokg nepatekty vandens ir nelaséty vanduo (zr.

tolesne iliustracija).

3

G,

PASTABA

Jei blokas jrengiamas Salto klimato juostoje, reikia imtis atitinkamy priemoniy, kad
istekantis kondensatas NEUZSALTY.

®
®

PASTABA

Jei lauko bloko drenazo angas blokuoja montavimo pagrindas arba grindy pavirsius,
<30 mm po lauko bloko kojomis nustatykite papildomus kojy pagrindus.

1

INFORMACUA

Informacijos apie galimas parinktis teiraukités pardavéjo.

1 UZkimskite drenazo linijg kamsciu.

2 Naudokite @16 mm Zarna (vietinis tiekimas).

)
), el
L] g

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
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Drenazo anga

Apatinis rémas
DrenaZo kamstis

Zarna (vietinis tiekimas)

Qn TOQO

6.3.6 Lauke naudojamo jrenginio apsauga nuo nuvirtimo
Jei blokas jrengiamas vietoje, kur jj galéty pakreipti smarkus véjas, imkités tokiy
priemoniy:
1 Pasiruoskite 2 trosus, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje (vietinis tiekimas).
2 Perjuoskite 2 trosus virs lauko bloko.

3  |kiskite po guminj padg tarp troso ir lauko bloko, kad trosai nesubraizyty dazy
(vietinis tiekimas).

4 Prijunkite trosy galus.

Jtempkite trosus.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
34 R32 padalytosios sistemos serija
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7 Vamzdziy montavimas

Siame skyriuje

7.1 AuSalo vamzdeliy paruosSimas

7.1.1 Reikalavimai ausalo vamzdeliams

7.1 AUSAI0 VAMZAGIY PATUOSIMES ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt st et et et s s ekt et e s e et e s et ent et en e s e s e e es e e eneebeneas 35
7.1.1 Reikalavimai ausalo vamzdeliams 35
7.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija 36
7.13 Saltnesio vamzdyno ilgis ir aukicio skirtumas 36
7.2 Ausalo vamzdziy prijungimas 37
7.2.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungima 37
7.2.2 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo vamzdelius 37
7.2.3 Gaireés prijungiant ausalo vamzdelius 39
7.2.4 Vamzdeliy lankstymo gairés...... 39
7.2.5 Vamzdelio galo platinimas ... 40
7.2.6 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky naudojant reduktorius.. 40
7.2.7 Stabdymo voZtuvo ir techninés priezitiros angos naudojimas 42
7.2.8 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio 43
7.3 Ausalo vamzdziy tikrinimas 44
7.3.1 Apie ausalo vamzdeliy tikrinima 44
7.3.2 Atsargumo priemonés tikrinant ausalo vamzdelius 44
7.3.3 Nuotékio tikrinimas 45
734 Vakuuminis dZiovinimas 45
° INFORMACIA
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus sk.
"2 Bendrosios atsargumo priemoneés" [» 5].
= Vamzdeliy medziaga: fosforo rigstimi deoksiduotas besidlis varis.
= Vamzdyno skersmuo:
40 klasé
Skyscio vamzdynas 2 x @6,4 mm (1/4 col.)
Dujy vamzdynas 2 % ?39,5 mm (3/8 col.)
50 klasée
Skyscio vamzdynas 2 x @6,4 mm (1/4 col.)
Dujy vamzdynas 1x@9,5 mm (3/8 col.)
1x @12,7 mm (1/2 col.)
= Vamzdyno griidinimo rasis ir storis:
I3orinis skersmuo (@),  Griidinimo rasis Storis (t)*®
6,4 mm (1/4 col.) Gridinta (O) >0,8 mm @
9,5 mm (3/8 col.)
12,7 mm (1/2 col.)
@ Atsizvelgiant j galiojancius teises aktus ir jrenginio maksimaly darbinj slégj (r. "PS High"
bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti storesnio vamzdyno.
Atsizvelgiant | patalpos bloka, gali reikéti naudoti reduktorius. Zr. skirsnj

"7.2.6 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky naudojant reduktorius" [» 40], kur

rasite papildomos informacijos.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
4P600463-2C —2020.08
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7.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija

= Kaip izoliacine medZiagg naudokite porolona:

- Silumos perdavimo koeficientas turi

0,045 kcal/mh°C);

- atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.

= |zoliacijos storis

siekti 0,041-0,052 W/mK

(0,035~

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (@,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@,

I1zoliacijos storis (t)

6,4 mm (1/4 col.)

8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8 col.) 12~15 mm >13 mm
12,7 mm (1/2 col.) 14~16 mm >13 mm

Jei temperatdra yra aukStesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei RH 80%,

izoliacinés medZiagos turi buti maZiausiai 20 mm storio, kad ant jy pavirSiaus
nesusidaryty kondensato.

7.1.3 Saltnesio vamzdyno ilgis ir auki¢io skirtumas

Kuo trumpesnis Saltnesio vamzdynas, tuo didesnis sistemos nasumas.

Vamzdyno ilgis ir aukscio skirtumas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

Modelis Minimali reikiama erdvé
40 klase 1,2 m?

50 klase 1,8 m?

Leistinas trumpiausias ilgis kambaryje: 3 m.

Saltnegio vamzdyno ilgis iki kiekvieno patalpos bloko <20m

Saltnesio vamzdyno bendrasis ilgis <30m

Lauke ir patalpoje
montuojamy jrenginiy

Patalpoje montuojamy
jrenginiy aukscio

aukscio skirtumas skirtumas
Lauko blokas jrengtas <15m <7,5m
auksciau nei patalpos
blokas
Lauko blokas jrengtas <7,5m <15m

Zemiau nei bent
1 patalpos blokas

Trumpasis montuotojo vadovas

| 4 DAIKIN 2(A)MXM40+5Q + 2!A)MXF40+$.O
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7.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

DEMESIO
* Gabenant blokus su R32 S3altnesiu, vietoje draudziami kietojo litavimo ir

suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistemga, dalys, is kuriy bent viena yra uZpildyta, turi bati
jungiamos vadovaujantis toliau nurodytais reikalavimais:

= Gyvenamosiose erdvése draudziama jrengti nenuolatines R32 saltnesio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai sujungti patalpos blokg su
vamzdynu. Vietoje jrengiamos jungtys, tiesiogiai jungiancios vamzdyng su
patalpos blokais, turi bati nenuolatinés.

DEMESIO

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko, neprijungdami vamzdyno prie
patalpos bloko (pvz., siekdami prijungti jj véliau).

C |SPEJIMAS

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti sprogima ir nelaimingg
atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy. Jy visuotinio atsilimo
potencialo (GWP) rodiklio verté yra 675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA maveéti apsaugines pirstines ir dévéti apsauginius akinius.

7.2.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungima

Prie$ prijungiant ausalo vamzdelius

Jsitikinkite, kad sumontuoti lauke ir patalpose naudojami jrenginiai.

Jprastiné darbo eiga
Ausalo vamzdeliy prijungima sudaro Sie veiksmai:
= Ausalo vamzdeliy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio
= Ausalo vamzdeliy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio
= Ausalo vamzdeliy izoliavimas
= Atminkite rekomendacijas, susijusias su:
- vamzdziy lenkimu;
- vamzdzio galo platinimu;

- uzdarymo voztuvy naudojimu.

7.2.2 Atsargumo priemoneés prijungiant ausalo vamzdelius

INFORMACUA

o
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 5]

= "7.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas" [» 35]

2(AMXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
4P600463-2C —2020.08
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PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

DEMESIO
= NETEPKITE praplatintos dalies mineraline alyva.
= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE vamzdeliy is anksciau sumontuoty sistemy.

= Siekiant uztikrinti ilgg Sio R32 jrenginio tarnavimo laikg, NIEKADA prie jo
nemontuokite dZiovintuvo. Sausinamoji medziaga gali istirpti ir pazZeisti sistema.

DEMESIO
= Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie pagrindinio bloko.

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyvg tepkite tik iSplatéjimo viduje.
Naudokite Saldymo alyva, skirtg R32.

*= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

© B PP

PASTABA
Ausalo vamzdeliy sistemoje laikykités Siy atsargumo priemoniy:

® Neleiskite jokioms pasalinéms medziagoms, iSskyrus nuodytg ausalg, jsimaisSyti j
ausalo ciklg (pvz., orui).

Pildydami ausalg naudokite tik R32.

Naudokite tik tuos montavimo jrankius (pvz., kolektoriaus manometro rinkinj),
kurie iSimtinai naudojami R32 sistemose, kad atlaikyty slégj ir kad pasalinés
medziagos (pvz., mineralinés alyvos ir drégmeé) nejsimaisyty j sistema.

Vamzdelius montuokite taip, kad praplatinimo NEVEIKTY mechaniné jtampa.

Apsaugokite vamzdelius, kaip aprasyta lenteléje toliau, kad j juos nepatekty
purvas, skystis ar dulkés.

Pravesdami varinius vamzdelius per sienas, blkite atsargis (zr. paveikslélj toliau).

LI
=

o A

X X
Jrenginys Montavimo laikotarpis Apsaugos biidas
Lauke naudojamas >1 ménuo UZspauskite vamzdelj
Irenginys <1 ménuo UZspauskite vamzdelj arba

Patalpose naudojamas
jrenginys

Nepriklausomai nuo uzklijuokite lipnia juosta

laikotarpio

i

INFORMACUA

Pries tikrindami ausalo vamzdelius NEATIDARYKITE ausalo stabdymo voztuvo. Kai

reikia papildomai jleisti auSalo, uZzpildzius rekomenduojama atidaryti ausalo
stabdymo voztuva.
Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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A

ISPEJIMAS

Prie$ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite Saltnesio vamzdyna. Jei Saltnesio
vamzdynas NEBUS prijungtas ir paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo
voztuvas, bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys nenormalus slégis ir gali

blti apgadinta jranga arba netgi kas nors gali bti suzalotas.

®

PASTABA

Net jei uzdarymo voztuvas visiskai uzdarytas, saltnesis vis tiek gali létai teketi iSorén.

llgam NEPALIKITE nuimtos platinimo verzlés.

7.2.3 Gairés prijungiant ausalo vamzdelius

Jungdami vamzdzius, atsizvelkite j Sias rekomendacijas:

= Jungdami platinimo verzle, padenkite iSplatéjimo vidinj pavirSiy eteriniu arba

esterio aliejumi. Ranka priverzkite 3—4 apsisukimus ir tada priverzkite smarkiai.

4

= Atlaisvindami platinimo verZle, VISADA naudokite 2 verZliarakc¢ius.

= Jungdami vamzdyng, platinimo verzZlei priverzti VISADA naudokite verzliaraktj ir

dinamometrinj verZliaraktj. Taip iSvengsite verZlés trakinéjimo ir nuotékiy.

a Dinamometrinis verzliaraktis
b VerZliaraktis
¢ Vamzdziy jmova
d Platinimo verzlé
Vamzdyno dydis | Priverzimo sukimo | Platéjanciosios Platéjanciosios
(mm) momentas (Nem) |jungties matmenys| jungties forma
(A) (mm)
06,4 15~17 8,7%9,1
?9,5 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6

7.2.4 Vamzdeliy lankstymo gairés

Lenkimui naudokite vamzdziy lenktuva. Visi vamzdziy lankai turi bati kaip jmanoma
mazesni (lenkimo spindulys turi bati bent 30~40 mm ).

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
4P600463-2C —2020.08
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7.2.5 Vamzdelio galo platinimas

DEMESIO
* Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad isvengtumeéte dujy nuotékio,
naudokite naujai praplatintus galus.

= Naudokite klgines verzles, pridedamas prie jrenginio. Naudojant kitokias kdgines
verzles gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

Vamzdziy pjovikliu nupjaukite vamzdZio gala.

2 Pasalinkite Serpetas nuo pjovimo pavirSiaus, laikydami vamzdj nukreiptg
Zzemyn, kad dalelés NEPATEKTY j vamzdj.

a  Pjaukite tiksliai staciu kampu.
b Pasalinkite Serpetas.

3 Nuimkite platinimo verZle nuo uZdarymo voZztuvo ir sumontuokite ant
vamzdZio.

4 [Splatinkite vamzdj. Nustatykite tiksliai toje vietoje, kaip parodyta tolesnéje

iliustracijoje.

YA

2

R32 platinimo jrankis Tradicinis platinimo jrankis

(sankabos tipo) Sankabos tipas Sparnuotosios verzlés
(Ridgid) tipas
(Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Patikrinkite, ar gerai iSplatinta.
a — b

a ISplatéjimo vidinis pavirsius TURI bati be trakumy.
b Vamzdzio galas TURI bati iSplatintas tolygiai, tobulu apskritimu.
¢ PasirGpinkite, kad bGty sumontuota platinimo verzle.

7.2.6 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky naudojant reduktorius

Prie Sio lauko bloko galima prijungti tokio bendrojo pajégumo patalpos blokus:

Lauko blokas Bendrojo patalpos bloky pajégumo
klasé

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, <6,0 kW

2MXF40

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, <8,5 kW

2MXF50
Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
40 R32 padalytosios sistemos serija
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Jungtis Klase ‘Reduktorius
2MXM40, 2AMXM40
A 15, 20, 25, 35 —
B 15, 20, 25, 35 —
2AMXF40
A 25,35 —
B 25,35 —
2MXF40
A 20, 25, 35 —
B 20, 25, 35 —
2MXM50, 2AMXMS50
A 15, 20, 25, 35, 42" —
B 15, 20, 25, 35 1+2
42,50 —

2AMXF50
A 25,35 —
B 25,35 1+2
2MXF50
A 20, 25, 35 —
B 20, 25, 35 1+2

©) Reikia naudoti pasirinktinj prieda.
Reduktoriaus tipas Jungtis

1 @8 @12,7 mm = @9,5 mm

éi%
2 () @12,7 mm - @9,5 mm
%1

Prijungimo pavyzdys:

= 9,5 mm vamzdzio prijungimas prie #12,7 mm dujy vamzdzio jungties
b c d e

TLWTH T N
[pl

D)
(@]

Lauko bloko jungtis

Reduktoriaus tipas Nr. 1
Reduktoriaus tipas Nr. 2
Platinimo verZlé, skirta 12,7 mm
Tarpblokinis vamzdynas

QN T O

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
R32 padalytosios sistemos serija 41
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Padenkite sriegine lauko bloko jungtj toje vietoje, kur platinimo verzlé lieCiasi su
Saldymo alyva.

PASTABA
Naudodami tinkama verzliaraktj, stenkités nepazeisti jungties sriegiy ir per daug

nepriverikite platinimo verlés. Bikite atidds, kad pernelyg NEPRIVERZTUMETE
verzlés, nes galite pazeisti mazajj vamzdj (apie 2/3-1x jprasto sukimo momento).

7.2.7 Stabdymo voztuvo ir techninés priezitros angos naudojimas

Stabdymo voztuvo naudojimas
Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:
= UZdarymo voztuvai blna uzdaromi gamykloje.

= Tolesnéje iliustracijoje parodytos uzdarymo voztuvo dalys, reikalingos voztuvui
tvarkyti.

Priezitros anga ir priezitros angos dangtelis
Voztuvo kotelis

Vietinio vamzdyno jungtis

Kotelio dangtelis

Qn TO

= Eksploatacijos metu abu uzdarymo voZtuvai turi bati atidaryti.
= Pernelyg NESPAUSKITE voztuvo kotelio. Kitaip galite sulauzyti voZtuvo korpusa.

= BUTINAI uZfiksuokite uzdarymo voZtuva verzliarak&iu, tada atlaisvinkite arba
priverzkite platinimo verzle dinamometriniu verzliarakéiu. NENUSTATYKITE
verzliarakcio ant kotelio dangtelio, nes kitaip gali nutekéti saltnesis.

a VerZliaraktis
b Dinamometrinis verzliaraktis

= Kai tikimasi Zemo darbinio slégio (pvz., vésinimo metu, kai Zema lauko
temperattra), pakankamai uzsandarinkite platinimo verzle dujy linijos uzdarymo
voztuve silikoniniu hermetiku, kad neuzsalty sistema.

Silikoninis hermetikas (pasirtpinkite, kad nelikty tarpo).

Stabdymo voztuvo atidarymas / uzdarymas
1 Nuimkite stabdymo voZtuvo gaubtelj.

2 | voztuvo kaklg jstatykite SeSiabriaunj verzliaraktj (skys¢io puséje: 4 mm, dujy
puséje: 6 mm) ir pasukite voZtuvo kakla:

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
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Pries laikrodZio rodykle, norédami atidaryti
Pagal laikrodzio rodykle, norédami uzdaryti

3 Kaistabdymo voZtuvo NEBEGALIMA daugiau pasukti, nebesukite.
4 UZdekite stabdymo voZtuvo gaubtel;.

Rezultatas: Dabar voztuvas atidarytas/uzdarytas.

Kaklo gaubtelio naudojimas

= Kaklo gaubtelis sandarinamas, kur parodyta rodykle. NEPAZEISKITE jo.

\

= Sutvarke stabdymo voZtuva, priverzkite kaklo gaubtelj ir patikrinkite, ar néra
ausalo nuotékio.

Kotelio dangtelis Vamzdzio @ (mm) Priverzimo sukimo momentas
(N-m)
Skyscio puseé 6,4 22~28
Dujy pusé 9,5 33~39
12,7 49~59

Techninés prieziiiros gaubtelio naudojimas

= VISADA naudokite pildymo Zarng su voztuvo nuleidZiamuoju kaisc¢iu, kadangi
prieitros anga yra Sraderio tipo voZtuvas.

= Sutvarke priezilros angg, priverzkite prieZilros angos dangtelj ir patikrinkite, ar
néra Saltnesio nuoteékiy.

Elementas PriverZzimo sukimo momentas (N:m)

Priezilros angos dangtelis 11~14

7.2.8 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio
= Vamzdyno ilgis. Stenkités, kad vietinis vamzdynas bty kaip jmanoma
trumpesnis.
= Vamzdyno apsauga. Apsaugokite vietinj vamzdyng nuo fiziniy pazeidimy.

1 Prijunkite skystojo SaltneSio jungtj, vedancia iS patalpos bloko, j lauko bloko
skyscio uzdarymo voztuva.

a
b
a
b
a  Skyscio uzdarymo voztuvas
b Dujy uzdarymo voztuvas
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¢ PrieziGros anga
2 Prijunkite dujinio SaltneSio jungtj, vedancia iS patalpos bloko, j lauko bloko
dujy uzdarymo voztuva.

PASTABA
Ausalo vamzdelius tarp patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy rekomenduojama

tiesti kanaluose arba apvynioti uzbaigimo juosta.

7.3 AusSalo vamzdziy tikrinimas

7.3.1 Apie ausalo vamzdeliy tikrinima

Gamykloje patikrinta, ar lauke naudojamo jrenginio vidiniuose ausalo
vamzdeliuose néra nuotékio. Jums reikia patikrinti tik lauke naudojamo jrenginio
iSorinius ausalo vamzdelius.

Pries tikrinant ausalo vamzdelius

Jsitikinkite, kad tarp lauke naudojamo ir patalpose naudojamo jrenginiy esantys
ausalo vamzdeliai sujungti.

Jprastiné darbo eiga

Ausalo vamzdeliy tikrinimg paprastai sudaro Sie etapai:

1 Tikrinimas, ar ausalo vamzdeliuose néra nuotékio.

2 Vakuuminis dZiovinimas siekiant i$ ausalo vamzdeliy pasalinti visg drégme, org
ar azota.

Jei ausalo vamzdeliuose gali bati drégmeés (pavyzdziui, j vamzdelius galéjo patekti
vandens), pirma atlikite vakuuminio dZiovinimo proceddrg, kol bus pasalinta visa
drégmé.

7.3.2 Atsargumo priemonés tikrinant ausalo vamzdelius

° INFORMACIA
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 5]

= "7.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas" [» 35]

PASTABA

Naudokite 2 pakopy vakuuminj siurblj su atbuliniu voztuvu, galiniu sudaryti iki
-100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absoliut.) manometrinj slégj. Kai siurblys neveikia,

uztikrinkite, kad siurblio alyva neteka priesinga kryptimi j sistema.

PASTABA

Sj vakuuminj siurblj naudokite tik R32. Ta patj siurblj naudojant kitiems ausalams
galima sugadinti siurblj ir jrenginj.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
44 R32 padalytosios sistemos serija
4P600463-2C —2020.08



7 | Vamzdziy montavimas

PASTABA
® Prijunkite vakuuminj siurblj prie dujy stabdymo voztuvo techninés priezitros

angos.

= Pries atlikdami nuotékio bandyma ar vakuuminj dziovinima, jsitikinkite, kad dujy
stabdymo voztuvas ir skyscio stabdymo voztuvas tvirtai uzdaryti.

7.3.3 Nuotékio tikrinimas

PASTABA
NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (7r. “PS High” 7r. jrenginio

informacinéje lenteléje).

PASTABA
Naudokite tik rekomenduojamg didmenininko tiekiama burbuliuky testo tirpala.

Nenaudokite muilino vandens, nes tai gali sukelti antgalio verzliy trikima (muiliname
vandenyje gali bati druskos, sugeriancios drégme, kuri uzsals vamzdynui atsalus) ir
(arba) praplatinty jungciy korozijg (muiliname vandenyje gali bati amoniako,
sukeliancio korozinj poveikj tarp zalvarinés antgalio verzlés ir varinio antgalio).

1 |leiskite j sistemg azoto dujy, kad slégio matuoklis rodyty bent 200 kPa (2 bar).
Rekomenduojame didinti slégj iki 3000 kPa (30 bar), kad aptiktuméte nedidelj
nuotek;.

Patikrinkite, ar yra nuotékis, visas jungtis iStepdami burbuliuky testo tirpalu.

ISleiskite visas azoto dujas.

7.3.4 Vakuuminis dZiovinimas

Prijunkite vakuumo siurblj ir kolektoriy, kaip nurodyta toliau.

a Cc

b A
) :
dLo'cle k

pt
[
f— [
) T T
g— =lo~ ‘ﬁJ:,
h

Zemo slégio manometras
Matuoklio kolektorius
Auksto slégio manometras
Zemo slégio voztuvas ("Lo")
Auksto slégio voztuvas ("Hi")
Pildymo Zarnos

Vakuumo siurblys

Voztuvy dangteliai
PrieziGros anga

Dujy uzdarymo voztuvas
Skyscio uzdarymo voztuvas

PASTABA
Prijunkite vakuumo siurblj prie abiejy prieziGros jungciy, jrengty dujy uzdarymo

voztuvuose.

A = T0@ -~® Q0 T O
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Sukurkite sistemoje vakuumg, kol vamzdyno slégis bus -0,1 MPa (-1 bar).

Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slégj:

Jei slégis...

Tai...

Nepasikeité Sistemoje néra drégmeés. Si procediira
baigta.

Padidéjo Sistemoje yra drégmeés. Atlikite kitg
veiksma.

Sistemoje maziausiai 2 val. palaikykite vakuumg, kol vamzdyno slégis bus

-0,1 MPa (-1 bar).

ISJUNGE siurblj bent 1 valanda tikrinkite slégj.

Jei NEPASIEKSITE norimo vakuumo arba NEISLAIKYSITE jo 1 valanda, atlikite

Siuos veiksmus:

= Dar kartg patikrinkite nuoteék;.
= Vel atlikite vakuuminj dZiovinima.

PASTABA
Sumontave vamzdzius ir sukdre vakuuma batinai atidarykite dujy stabdymo voztuva.

Jei naudosite sistemg su uzdarytu voztuvu, gali sugesti kompresorius.

INFORMACUA

i @

Atidarius stabdymo voZtuva gali bati, kad slégis ausalo vamzdeliuose NEDIDES. Tai
gali lemti, pvz., uZdarytas iSsiplétimo voztuvas lauke naudojamo jrenginio sistemoje,
taciau tai NESUDARO jokiy sunkumy tinkamai eksploatuoti jrenginj.

Trumpasis montuotojo vadovas
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8 Ausalo jleidimas

Siame skyriuje

8.1
8.2
83
8.4
8.5
8.6
8.7

ADPIE QUSAI0 JIEIAIMG ..ttt skt h ettt h et st s st h ettt n ettt ettt ettt aennas 47
AAPIE SIENEE] ..t 48
Atsargumo priemMones UZPIAANT @USBIU ...c..iviiiiiieeee ettt ettt ane s 49
Papildomo auSalo KiEKIO NUSTATYMES ....o.iiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt 49

13 naujo uZpildomo auSalo KIEKIO MUSTATYMES . ....viiiiieicieiis ettt 49
PapIldOmMO QUSAIO JIEITIMES ....veiietcee ettt stttk ettt n ettt 49

Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketes tvirtinimas..........c.cvviiiiiiiiii s 50

8.1 Apie ausalo jleidima

Lauko blokas gamykloje uzpildomas Saltnesiu, taciau atskirais atvejais gali reikéti
atlikti toliau nurodytus veiksmus:

Ka daryti Kada

Jpilti papildomo 3altnesio Jei bendrasis skyscio vamzdyno ilgis

didesnis nei nurodyta (Zr. toliau).

VisiSkai pakeisti Saltnegj Pavyzdys:

= Perkeliant sistema.

= Po nuotékio.

Ipilti papildomo Saltnesio

Prie$ pildami papildoma Saltnesj, batinai patikrinkite lauko bloko iSorinj Saltnesio
vamzdyng (nuotékio bandymas, vakuuminis dZiovinimas).

INFORMACUA

Priklausomai nuo jrenginiy ir (arba) montavimo salygy, gali tekti pirma sujungti

i

elektros instaliacija ir tik tada jleisti ausala.

Tipinis uzduodiy srautas — papildomas Saltnesis paprastai pilamas tokiais etapais:

1
2
3

Nustatykite, ar reikia (ir kiek reikia) jpilti papildomai.
Jei reikia, jpilkite papildomo 3Saltnesio.

UZpildykite fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy etikete ir pritvirtinkite jg
lauko bloko viduje.

Visiskai pakeisti Saltnes;j

Pries$ visiskai pakeisdami Saltne$j, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1
2

IS sistemos turi bUti rekuperuotas visas Saltnesis.

Reikia patikrinti lauko bloko iSorinj Saltnesio vamzdyng (nuotékio bandymas,
vakuuminis dZiovinimas).

Reikia atlikti lauko bloko iSorinio Saltnesio vamzdyno vakuuminio dziovinimo
procedira.

PASTABA
Pries visiskai i$ naujo uzpildydami, atlikite lauke naudojamo jrenginio vidiniy ausalo

vamzdeliy vakuuminj dZiovinima.

2(AMXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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Tipinis uzduociy srautas — Saltnesio keitimas paprastai atliekamas tokiais etapais:

1 Nustatykite, kiek reikia jpilti Saltnesio.

2 |pilkite Saltnesio.

3 Uzpildykite fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etikete ir pritvirtinkite jg
lauko bloko viduje.

8.2 Apie saltnesj

Siame gaminyje yra fluorinty, $iltnamio efektg sukelian¢iy dujy. NEISLEISKITE dujy j

atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reiksmeé: 675

®

PASTABA

Pagal galiojancius teisés aktus, reglamentuojancius fluorinty Siltnamio efekta
sukelian¢iy dujy naudojima, turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir
CO, ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai¢iavimo formulé: Saltnedio GWP verté x
bendroji saltnesio jkrova [kg] / 1 000

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotoja.

ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas 3altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ISPEJIMAS

Prietaisas turi buti laikomas patalpoje, kurioje néra pastoviai veikian¢iy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

ISPEJIMAS
= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomuyjy medziagy ar
priemoniy, kuriy nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis augalas yra bekvapis.

> B PP P

ISPEJIMAS

Jrenginyje esantis Saltnesis yra Siek tiek liepsnus, taciau paprastai jis NENUTEKA.
Saltnesiui istekéjus j patalpa ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvedinkite patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju
atstovu, is kurio pirkote jrengin;.

NENAUDOKITE jrenginio, kol priezitros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dél kurio
iStekéjo saltnesio, suremontuota.

Trumpasis montuotojo vadovas
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ISPEJIMAS
NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio. Kitaip dél nusalimo gali atsirasti rimty

Zaizdy.

8.3 Atsargumo priemonés uzpildant ausalu

INFORMACIA

Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

i @

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [ 5]

= "7.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas" [» 35]

8.4 Papildomo ausalo kiekio nustatymas

Jei bendrasis skyscio Tada...
vamzdyno ilgis yra...

<20m NEPILKITE papildomo Saltnesio.

>20m R=(bendrasis skysc¢io vamzdyno ilgis (m)—

20 m)x0,020

R=papildoma jkrova (kg) (suapvalinta iki artimiausio
0,1 kg)

INFORMACUA

Vamzdziy ilgis — tai skysCio vamzdziy ilgis j vieng puse.

i @

8.5 1S naujo uzpildomo ausalo kiekio nustatymas

INFORMACUA

Jei reikia visai i$ naujo uZpildyti, bendras ausalo kiekis: gamykloje jleisto ausalo kiekis
(zr. jrenginio informacinéje lenteléje) + nustatytas papildomas kiekis.

i @

8.6 Papildomo ausalo jleidimas

ISPEJIMAS
= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti sprogimg ir nelaiminga

atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy. Jy visuotinio atsilimo
potencialo (GWP) rodiklio verté yra 675. NEISLEISKITE &iy dujy j atmosfera.

*= Pilant 3altne$j, BUTINA mivéti apsaugines pirstines ir déveti apsauginius akinius.

DEMESIO
Siekdami isvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE auSalo daugiau nei nurodyta.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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Batina sglyga: Pries jleisdami ausalg, jsitikinkite, kad auSalo vamzdZiai prijungti ir
patikrinti (atlikus nuotékio bandyma ir vakuuminj dZiovinima).

1 Prijunkite ausalo cilindrg prie techninés priezitros angos.
2 |pilkite papildomo ausalo.

3 Atidarykite dujy stabdymo voztuva.

8.7 Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketés tvirtinimas

1 UZpildykite etikete:

M’ Contains fluori gases a
RO 0-[ Ja— b
————— GWP: XXX

e
e s T
Gv:';oakg tCOLq— e

a Jeisujrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketé (Zr. priedus),
nulupkite reikiamos kalbos lipduka ir priklijuokite a virsuje.

Gamykliné saltnesio jkrova: zr. jrenginio vardine plokstele

Papildomas jpilto saltnesio kiekis

Visa $altnesio jkrova

Visos Saltnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efektq sukelianciy dujy kiekis isreiskiamas CO, tony ekvivalentu.
GWP = pasaulinio atsilimo potencialas

PASTABA
Pagal galiojancius teisés aktus, reglamentuojancius fluorinty Siltnamio efekta

sukelianc¢iy dujy naudojima, turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir
CO, ekvivalentas.

-

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai¢iavimo formulé: Saltnesio GWP verté x
bendroji $altnesio jkrova [kg] / 1 000

Naudokite GWP verte, nurodytg Saltnesio jkrovos etiketéje.

2 Pritvirtinkite etikete lauke naudojamo jrenginio viduje Salia dujy ir skyscio
stabdymo voztuvy.

Trumpasis montuotojo vadovas
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9 Elektros instaliacija

Siame skyriuje

9.1 Apie elektros 1aidY PrIJUNGIMA. . ..c.i ittt ettt ettt ettt ettt ettt s e s e eeneas
9.1.1 Atsargumo priemoneés jungiant elektros [aidUs............oiiiiiiiiiii
9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

9.1.3 Standartiniy laidy komponenty SPeCifiKaCOS. ... ..oiiiiioiiiieieei e
9.2 Elektros laidy prijungimas prie [auko JreNGINIO. ... ..oii ittt

9.1 Apie elektros laidy prijungimg

PriesS prijungiant elektros laidus
Jsitikinkite, kad:
= Ausalo vamzdeliai prijungti ir patikrinti.

= Vandens vamzdZiai prijungti.

Jprastiné darbo eiga

Elektros instaliacijos prijungimo procesas paprastai susideda is Siy etapy:

1 Jsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka bloky elektros specifikacijas.
2 Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko.

3 Prijunkite elektros laidus prie patalpos bloko.

4 Prijunkite maitinima.

9.1.1 Atsargumo priemonés jungiant elektros laidus

ISPEJIMAS

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

A Prietaisg batina jrengti vadovaujantis nacionaliniais instaliacijos reglamentais.

° INFORMACUA

"2 Bendrosios atsargumo priemoneés" [» 5].

l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus sk.

° INFORMACIA
l Taip pat zr. "9.1.3 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos" [» 54].

é ISPEJIMAS
* Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros

instaliacija TURI atitikti taikomus teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti

taikomus teisés aktus.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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ISPEJIMAS
= Jei maitinimo saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga gali

sugesti.

* Prijunkite tinkamg jZeminima. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
pagalbiniu vamzdZiu, virSjtampio ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai jzeminta sistema gali sukelti elektros smugj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie NESILIESTY prie asStriy
briauny ar vamzdziy, ypac auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy, suvytyjy laidy, ilgintuvy ar
prijungimy nuo Zvaigzde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje
jrengtas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumg ir gali
bati nelaimingo atsitikimo priezastimi.

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

ISPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvag su bent 3 mm tarpu tarp kontaktiniy
tasky, uztikrinantj visiska atjungima pagal virsjtampio IlI kategorija.

|SPEJIMAS

Jei paZeidZiamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti pavojy jj TURI pakeisti
gamintojas, jo prieZilros agentas arba kitas panasig kvalifikacijg turintis asmuo.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj
arba sukelti gaisra.

|SPEJIMAS
® Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt. komponenty maitinimo nuo kontakty
bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisrg.

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés izoliacijos neturinciy variniy
vamzdziy, nes tokie vamzdziai labai jkaista.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra maitinamos elektra. Nelieskite jy
plikomis rankomis.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries pradédami priezitros darbus
iSmatuokite jtampa pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius komponentus, jtampa TURI bati
Zemesné nei 50 V (NS). Kontakty vieta rasite elektros instaliacijos schemoje.

> B> B BB PBBPP
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_ R - T ~® Q0 T O

Diody tiltelis DB1

Termistoriaus jvado laidas S90

LED A

Silumineés perkrovos relés jvado laidas S40

Patalpos A elektroninio issiplétimo voztuvo rité S20 (balta)
Patalpos B elektroninio issiplétimo voztuvo rité S21 (raudona)
Ketursakio voztuvo jvado laido jungtis S80 (balta)
Ventiliatoriaus variklio jvado laidas S70

Sildymo uzraktas S99

Skyscio termistoriaus jvado laidas S91 (raudonas)

Dujy termistoriaus jvado laidas S92 (baltas)

Multimetras (NS jtampos diapazonas)

9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

Atminkite, kad:
= Jei naudojami suvytieji laidai, ant laido galo uzdeékite apvaly uzspaudZiamo tipo
gnybty. Uzdékite apvaly uZspaudziamo tipo gnybtg ant laido iki izoliacijos ir
pritvirtinkite gnybtg atitinkamu jrankiu.

a
b

a

Suvytasis laidas
Apvalus uzspaudziamo tipo gnybtas

= Laidus junkite Siais bldais:

Laido tipas Prijungimo budas
Viengyslis laidas cb
L
@ =
g—a a
a Spiralinis viengyslis laidas
b Varztas
¢ Plokscioji poverzle
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9 | Elektros instaliacija

Laido tipas

Prijungimo budas

Suvytasis laidas su
apvaliu uZzspaudziamo
tipo gnybtu

a Gnybtas
b Varztas

a bc

¢ Plok3¢ioji poverzlé
O LeidZziama
X NELEIDZIAMA

PriverZzimo sukimo momentai

Elementas

PriverZimo sukimo momentas (Nem)

M4 (X1M)
M4 (jZeminimas)

1,2

= JZeminimo laidas tarp laido fiksatoriaus ir kontakto turi bati ilgesnis nei kiti laidai.

1-3

S

9.1.3 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos

Komponentas
Maitinimo kabelis Jtampa 220~240V
Fazé 1~
DaZnis 50 Hz
Laido tipas Trigyslis kabelis, 2,5 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Trigyslis kabelis, 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Jungiamasis kabelis (patalpa<—>laukas)

Keturgyslis kabelis, 1,5 mm? arba
2,5 mm?, tinka 220~240 V

HOS5RN-F (60245 IEC 57)

Rekomenduojamas jungtuvas

16 A

Liekamosios sroves apsaugas

TURI atitikti galiojancius
reglamentus

9.2 Elektros laidy prijungimas prie lauko jrenginio

1 Nuimkite jungikliy déZutés dangtj (2 sraigtai).

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 Pasalinkite izoliacijg (20 mm) nuo laidy.

s Eﬁ/b

a Pasalinkite izoliacija nuo laido galo iki Sio tasko
b Pasalinus per daug izoliacijos, galima gauti elektros Soka arba gali jvykti nuotékis

3 Sujunkite patalpos ir lauko blokus laidais, kad sutapty jungciy numeriai.
Sutapdinkite vamzdyno ir instaliacijos simbolius.

4 B{tinai prijunkite tinkamus laidus prie atitinkamy patalpy (A prie A, B prie B).

a Patalpos jungtis (A, B)

b Jungtuvas

¢ Nuotékio j jZeminimo grandine jungtuvas
d  Maitinimo laidas

e Patalpos jungiamasis laidas (A, B)

f Laido fiksatorius

KryZzminiu atsuktuvu gerai priverzkite kontakty sraigtus.
Patikrinkite, ar laidai neatsijungia, juos Svelniai patempdami.

Gerai uZfiksuokite laidy fiksatoriy, kad iSvengtuméte laidy kontakty iSorinio
jtempio.

Prakiskite laidus pro iSpjova (apsauginés plokstés apacioje).

o

UZtikrinkite, kad elektros laidai nesiliesty su dujy vamzdynu.

- N

)
)
®
2]
®

D 0RO @
BIEEIE

®
®
®
®

#powE

"ﬁ““T
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9 | Elektros instaliacija

10 Prijunkite atgal jungikliy déZutés dangtj ir prieZiGros dangt;.
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10 | Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga

10 Lauke naudojamo jrenginio montavimo
pabaiga

10.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga

é PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.
= Prie$ pradédami priezitros darbus, atjunkite elektros tiekima.

® Pries jjungdami elektros tiekimg, sumontuokite jungikliy dézutés dangtj.

PASTABA
Ausalo vamzdelius tarp patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy rekomenduojama

tiesti kanaluose arba apvynioti uzbaigimo juosta.

1 Izoliuokite ir pritvirtinkite Saltnesio vamzdyng bei kabelius kaip parodyta:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdZio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Vietiniai laidai (jei yra)
Skyscio vamzdis

Skyscio vamzdzio izoliacija
Apdailos juostelé

| -~ Q0 T O

2 Sumontuokite priezidros dangtj.

10.2 Kaip uzdaryti lauko blokg

1 UzZdarykite jungikliy dézutés dangtelj.

2 UZdarykite techninés priezitros dangtelj.

PASTABA
Uzdarydami lauke naudojamo jrenginio dangtj, pasirlpinkite, kad uzverZzimo

momentas NEVIRSYTU 4,1 Nem.
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11 Konfiglracija

Siame skyriuje

Apie rezimo ECONO draudimo NUOSTATG .. ..o.ioieuiietiieteieteete ettt ettt ettt ettt ent et s e seeeeneeeeneas 58
11.1.1  Kaip jungti rezimo ECONO draudimo NUOSEATE ......c.ouiuiiiiiuiiiiiiiiiiicci e 58
Apie naktinj tylyjj rezima ... 59
11.2.1  Kaip Jungti Nakting tyIUJj rEZIMG .c.oieuii ittt ettt 59
APIE SIlAYMO FEZIMO UZFAKEG 1vevieiiiieieiet ettt 59
11.3.1  Kaip jjungti Sildymo rezimo uzrakta 59
Apie budéjimo rezimu veikiancia elektros taupymo fUNKCIjg .......coovviiiiiiiiiiiiie s 60
11.4.1  Kaip jjungti budéjimo rezimu veikiancia elektros taupymo fUNKCijg......ccovveirieiiiiiiieeecece e 60

11.1 Apie rezimo ECONO draudimo nuostata

Si nuostata i$jungia naudotojo sgsajos jvesties valdymo signalg. Naudokite ig
nuostatg, kai norite uzblokuoti jvesties valdymo signaly (vésinimas / Sildymas)
priéemima i$ patalpos bloko naudotojo sgsajy.

11.1.1 Kaip jjungti reZimo ECONO draudimo nuostata

Batina salyga: BUTINA iSjungti maitinima.

1
2

Nuimkite virSutine lauko bloko plokste (2 sraigtai Sonuose).

Nuslinkite instaliacijos skydo dangtj. Blkite atsargis, kad nenulenktuméte
instaliacijos skydo kablio.

Nukirpkite trumpiklj (J23).

Virsutiné ploksté

Instaliacijos skydo dangtis
Instaliacijos skydas

Spausdintiné plokste
Spausdintinés plokstés trumpikliai

o QO n T O

Trumpasis montuotojo vadovas
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11 | Konfiglracija

4 Atvirkstine tvarka sumontuokite atgal instaliacijos skydo dangtj bei virsutine
plokste ir jjunkite maitinima.

11.2 Apie naktinj tylyjj rezima

Dél naktinio tyliojo rezimo funkcijos lauko blokas naktj veikia tyliau. Tokiu bddu
sumazéja bloko vésinimo pajégumas. Paaiskinkite klientui apie naktinj tylyjj rezima
ir jsitikinkite, kad jis nori jj naudoti.

11.2.1 Kaip jjungti naktinj tylyjj rezima

Batina salyga: BUTINA i$jungti maitinima.

1 Nuimkite lauko bloko virSutine plokSte ir instaliacijos skydo dangtj (zZr.
"11.1.1 Kaip jjungti rezimo ECONO draudimo nuostatg" [» 58]).

2 Nukirpkite trumpiklj J6.

el e
5l5IElEl 2
R PR P &)

|
VYWY Y

3 Sumontuokite atgal virSutine plokste ir instaliacijos skydo dangtj.

DEMESIO
Atgal montuodami instaliacijos skydo dangtj, bikite atidls, kad neprispaustumeéte

ventiliatoriaus variklio jvado laido.

11.3 Apie Sildymo reZzimo uzrakta

Sildymo reZimo uZraktas leidZia blokui veikti tik Sildymo rezimu.

11.3.1 Kaip jjungti Sildymo rezimo uZraktg

1 Nuimkite virSutine plokste (2 sraigtai) ir priekine plokste (8 sraigtai).
2 Norédami nustatyti Sildymo rezimo uzraktg, atjunkite jungtj S99.

3 Norédami i$ naujo nustatyti Sildymo siurblio rezimg (vésinimas / Sildymas),
prijunkite jungtj atgal.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
R32 padalytosios sistemos serija 59
4P600463-2C —2020.08
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a Priekiné plokste
b Virsutiné ploksté
¢ Jungtis S99

ReZimas Jungtis S99

Silumos siurblys (vésinimas, $ildymas) Prijungta

Tik Sildymas Atjungta

4 Sumontuokite atgal virSutine ir priekine plokstes.

INFORMACUA

Sildymo rezimu galima naudotis ir priverstinio veikimo funkcija.

i

11.4 Apie budéjimo rezimu veikiancig elektros taupymo funkcija

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija:
= iSjungia lauko bloko maitinima ir
= jjungia patalpos bloko elektros taupymo budéjimo rezima.

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija pasiekiama tokiuose
blokuose:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Jei naudojamas kitas patalpos blokas, galima prijungti elektros taupymo budéjimo
rezimu jungtj.

Budéjimo reZzimu veikianti elektros taupymo funkcija pries siunciant isSjungiama.

11.4.1 Kaip jjungti budéjimo rezimu veikiancig elektros taupymo funkcijg
Batina sglyga: BUTINA iSjungti maitinima.
1 Nuimkite priezZitros dangtj.

2 Atjunkite atrankine elektros taupymo budéjimo rezimo jungt;.

{1

3 Jjunkite pagrindinj maitinimo jungiklj.
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12 ParuosSimas naudoti

Siame skyriuje

12.1 Apzvalga: PAaruoSimas MAUAOT ....o.iieiiieei ittt ettt s ettt s ettt s et e stk s ettt sttt en et
12.2  Atsargumo priemonés paruosiant naudoti...

12.3  Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos Pratzig ... ..o eeoiireireieieeeee ettt
12.4  Kontrolinis sgrasas pradedant KSPIOATUOTI.......c.iiiiiiiiiioiiieiec ettt
12.5  Eksploatacinis ir kiti bandymai

12.5.1  Bandomasis PalBITiMas.......oiiuiiriieeii ettt ettt ettt ettt ettt ettt
12.6  Lauke naudojamo Jrenginio JJUNGIMAS .......c..iueiriiiiuiiiieitiiieieit ettt bttt

12.1 Apzvalga: paruosSimas naudoti

Siame skyriuje rasoma, ka turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai atiduoti

eksploatuoti sumontuotg sistema.

Jprastiné darbo eiga

Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda is tokiy etapy:
1 "Kontrolinio sgraso prie$ atiduodant eksploatuoti" patikra.
2 Sistemos eksploatacijos bandymo vykdymas.

12.2 Atsargumo priemoneés paruosiant naudoti

° INFORMACIUA

l Per pirmajj jrenginio veikimo laikotarpj jrenginiui gali reikéti daugiau galios,

kad pradety sklandziai veikti ir stabilizuotysi elektros suvartojimas,
nepertraukiamai veikti 50 valandy.

nei

nurodyta ant jrenginio informacinés lentelés. Sj reiskinj sukelia kompresorius, kuris,

turi

PASTABA

Jrenginj galima eksploatuoti TIK su veikianciais termistoriais ir (arba) slégio jutikliais

PASTABA

(jungikliais). Priesingu atveju gali sudegti kompresorius.

PRIESINGU ATVEJU suges kompresorius.

Pries pradédami eksploatuoti, BUTINAI iki galo jrenkite bloko 3altnesio vamzdyna.

12.3 Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzia

Sumontave blokg, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Atlikus visus
patikrinimus, jrenginj reikia uzdaryti. UZzdare jjunkite jrenginj.
] Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.
] Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.
] Sistema tinkamai jZeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.
] Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.
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] Jungikliy déZutéje NERA atsilaisvinusiy jung€iy arba sugedusiy elektros komponenty.

] Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA sugadinty komponenty arba
suspausty vamzdziy.

(] NERA au3alo nuotékio.

] Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

] Sumontuoti tinkamo dydZio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir skyscio) visiskai atidaryti.

] Drenazas
Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.
Galima pasekmeé: Gali laséti vandens kondensatas.

] Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.

] Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji laidai.

] Saugikliai, jungtuvai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi bati jrengiami pagal §j dokumentg ir
NEAPEITI.

] Patikrinkite, ar kiekviename patalpos bloke sutampa ant laidy ir vamzdziy pateiktos Zymos
(patalpos A~E).

] Patikrinkite, ar prioritetinés patalpos nuostata nustatyta 2 arba daugiau patalpy. Atminkite,
kad prioritetine patalpa negalima parinkti daugialypio buitinio karsto vandens
generatoriaus arba hibridinés daugialypés sistemos.

12.4 Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti

n Atlikti laidy montavimo patikra.

Oro isleidimas.

[l

] Bandomasis paleidimas.

12.5 Eksploatacinis ir kiti bandymai

] PrieS pradedami eksploatacijos bandyma, iSmatuokite jtampa pirminéje saugos jungtuvo
puseje.

] Turi bati atlikti reikiami vamzdyno ir laidy jrengimo darbai.

] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir skyscio) visiskai atidaryti.

Keliy sistemy inicijavimas gali trukti kelias minutes, atsizvelgiant j patalpos bloky
skaiciy ir naudojamy parinkg¢iy skaiciy.

12.5.1 Bandomasis paleidimas

Butina salyga: maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodyta diapazona.
Bitina salyga: eksploatacijos bandyma galima atlikti vésinimo arba Sildymo rezimu.

Bitina salyga: eksploatacijos bandymg reikia atlikti vadovaujantis patalpos bloko
eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys veikty tinkamai.
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1 Vésinimo reZimu pasirinkite Zemiausig programuojama temperatira. Sildymo
rezimu pasirinkite auksc¢iausig programuojamg temperatdrg.

2 Leide patalpos blokui paveikti 20 minuciy, iSmatuokite temperattrg jo jvade ir
iSvade. Skirtumas turi virsyti 8°C (vésinimas) arba 15°C (Sildymas).

3 Pirmiausia patikrinkite kiekvieno bloko veikimg individualiai, tada patikrinkite
visy patalpos bloky vienalaikj veikima. Patikrinkite Sildymo ir vésinimo veikima.

4 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatdros lygj. Vésinimo
rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

INFORMACUA

= Prireikus eksploatacijos bandyma galima isjungti.

i

= |Sjungto bloko negalima vél paleisti 3 minutes.

= Vésinimo metu gali apserksnyti dujy uzdarymo voztuvas arba kitos dalys. Tai
normalu.

INFORMACUA

= Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energija.

i @

* Jjungus maitinima po energijos tiekimo trikio, grazinamas paskutinis parinktas
rezimas.

12.6 Lauke naudojamo jrenginio jjungimas

Vidaus jrenginio vadove aprasytas sistemos konfiglravimas ir jdiegimas |
eksploatacija.
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13 Perdavimas vartotojui
Jei per bandomajj paleidimg jrenginys veikia tinkamai, paaiskinkite vartotojui Siuos
dalykus:

= Pasirlpinkite, kad vartotojas iSspausdinty dokumentacijg ir paprasykite saugoti ja
ir naudotis ateityje. Informuokite vartotojg, kad jis gali rasti visus dokumentus
Siame vadove nurodytoje svetainéje.

= Paaiskinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemg ir kg daryti kilus
problemy.

= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio prieZiGros darbus jis gali atlikti.
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14 Techniné prieziura ir tvarkymas

PASTABA
Techninés priezitros darbus TURI atlikti jgaliotasis montuotojas arba prieziGros

agentas.

Rekomenduojame technine priezilrg atlikti bent kartg per metus. Vis délto
taikomuose teisés aktuose gali bati numatyta trumpesniy techninés priezitros
intervaly.

PASTABA
Pagal galiojancius teisés aktus, reglamentuojancius fluorinty Siltnamio efekta

sukelianciy dujy naudojima, turi bati nurodomas jrenginio saltnesio jkrovos svoris ir
CO, ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskaic¢iavimo formulé: Saltnedio GWP verté x
bendroji $altnesio jkrova [kg] / 1 000

14.1 Apzvalga: techniné priezilra ir tvarkymas

Siame skyriuje nagrinéjamos tokios temos:
= Techninés priezilros saugos atsargumo priemonés

= Lauko bloko kasmetiniai techninés priezitros darbai

14.2 Techninés priezitros atsargumo priemoneés

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

if PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

PASTABA: Elektrostatinés iSkrovos pavojus

Pries atlikdami bet kokius techninés prieziiros ar tvarkymo darbus, palieskite
metaline jrenginio dalj, kad iskrautuméte statine elektrg ir apsaugotumeéte
spausdintine plokste.

|SPEJIMAS

= Pries atlikdami bet kokius priezilros arba taisymo veiksmus, VISADA isjunkite
tiekimo skydo grandinés pertraukiklj, iSimkite saugiklius arba atidarykite jrenginio
saugos jtaisus.

® 10 min. po maitinimo $altinio iSjungimo NELIESKITE daliy, kuriomis teka elektros
srové, nes gali kilti aukstos jtampos pavojus.

= Atkreipkite démesj, kad kai kurios elektros instaliacijos dézutés dalys yra
jkaitusios.

= Jokiu bidu NELIESKITE laidZios dalies.

NEPLAUKITE jrenginio. Tai gali sukelti elektros smugj arba gaisra.
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14.3 Lauke naudojamo jrenginio kasmetinés priezitros kontrolinis sgrasas

Tikrinkite bet kartg per metus:

= Silumokaitis
Lauko bloko Silumokaitis gali uzsikimsti dulkémis, neSvarumais, lapais ir pan.
Rekomenduojama kartg per metus iSvalyti Silumokaitj. UzZsikimsus Silumokaiciui,
gali pernelyg sumazéti arba padidéti slégis ir suprastéti veikimas.

14.4 Apie kompresoriy

Vykdydami kompresoriaus priezilros darbus, nepamirskite Siy atsargumo
priemoniy:

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
* Naudokite $j kompresoriy tik su jZeminta sistema.
= Prie$ pradédami kompresoriaus priezitros darbus, iSjunkite maitinima.

= Atlike prieziGros darbus, prijunkite atgal jungikliy dézutés dangtj ir priezitros
dangtj.

C DEMESIO

Visada dévekite apsauginius akinius ir mavékite apsaugines pirstines.

!/ PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
Ls = Kompresoriui nuimti panaudokite vamzdziy pjoviklj.
* NENAUDOKITE kietojo litavimo antgalio.

= Naudokite tik patvirtintus Saltnesius ir tepimo priemones.

fi PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

NELIESKITE kompresoriaus plikomis rankomis.
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15 TrikCiy Salinimas

15.1 Apzvalga: trikCiy Salinimas

Siame skyriuje rasoma, ka reikia daryti kilus problemuy.

Jame rasite informacijos apie problemy sprendimg remiantis pastebétais
pozymiais.

Pries Salindami triktis

Atidziai apzitrékite jrenginj ir patikrinkite, ar néra akivaizdziy defekty, pvz., laisvy
jungciy ar laidy defekty.

15.2 Atsargumo priemonés salinant triktis

é |SPEJIMAS
= Tikrindami jrenginio jungikliy dézute, VISADA jsitikinkite, kad jrenginys atjungtas

nuo pagrindinio maitinimo Saltinio. ISjunkite atitinkama grandinés pertraukiklj.

= Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite jrenginj, iSsiaiskinkite, kodél
buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iS naujo paleiskite jrenginj.
NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisy ir nekeiskite jy gamykloje nustatyty
reikSmiy. Jei negalite rasti problemos priezasties, kreipkités j pardaveja.

c PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

ISPEJIMAS
Siekiant iSvengti pavojaus dél netycia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, Siam

jrenginiui maitinimas NEGALI bati tiekiamas per iSorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir
jis negali bati prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai JJUNGIA arba ISJUNGIA
jrenginys.

ff PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

15.3 Problemy sprendimas pagal pozymius

15.3.1 Pozymis. Patalpos blokai krenta, vibruoja arba triukSmingai veikia

Galimos priezastys Koregavimo veiksmas

Patalpos blokai jrengti nesaugiai Saugiai jrenkite patalpos blokus.

15.3.2 Simptomas: jrenginys NESILDO arba NESALDO, kaip tikeétasi

Galimos priezastys Koregavimo veiksmas
Netinkamai prijungti elektros laidai Tinkamai prijunkite elektros laidus.
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
R32 padalytosios sistemos serija 67

4P600463-2C —2020.08



15 | Trik&iy Salinimas

Galimos prieZastys

Koregavimo veiksmas

Dujy nuoteékis

Patikrinkite, ar néra dujy nuotékio.

NESUTAMPA Zymos, pateiktos ant laidy
ir vamzdyno

Zymos ant kiekvieno patalpos bloko
laidy ir vamzdyno (patalpa A, B, C, D, E)
TURI sutapti.

15.3.3 Pozymis. Vandens nuotékis

Galimos prieZastys

Koregavimo veiksmas

Neuzbaigta Siluminé izoliacija (dujy ir
skysc¢io vamzdyno, drenazo Zarnos
plétinio patalpos atkarpy)

Pasirtpinkite, kad bty uzbaigta
vamzdyno ir drenaZo Zarnos Siluminé
izoliacija.

Netinkamai prijungta drenaZzo linija

UZfiksuokite drenazo linijg.

15.3.4 Pozymis. Elektros nuotékis

Galimos prieZastys

Koregavimo veiksmas

Blokas NETINKAMAI jZemintas

Patikrinkite ir pataisykite jZeminimo
laidy jungtj.

15.3.5 Pozymis. Blokas NEVEIKIA arba pastebéjote nudegimo pozymiy

Galimos prieZastys

Koregavimo veiksmas

Laidai NEPRIJUNGTI pagal specifikacijas

Pataisykite laidus.

15.4 Problemy sprendimas pagal sviesos diody elgseng

15.4.1 Trik¢iy diagnostika pagal lauko bloko PCB Sviesos diodus

Sviesos diodas Diagnostika

2 S Mirksi

Normalu.

= Patikrinkite patalpos bloka.

Lt Jjungta = ISjunkite ir vél jjunkite maitinimg, tada patikrinkite

Sviesos

bloko PCB.

diodg  po
Jei Sviesos diodas vél jsijungia, vadinasi sugedo lauko

mazdaug 3 minuciy.

(] ISjungta

Maitinimo jtampa (energijai taupyti).

Elektros tiekimo triktis.

ISjunkite ir vél jjunkite maitinimg, tada po mazdaug
3 minuciy
Jei Sviesos diodas vél issijungia, vadinasi, sugedo
lauko bloko PCB.

patikrinkite Sviesos dioda.

A\

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

= Kai jrenginys neveikia, PCB Sviesos diodai issijungia, kad blty taupoma energija.

® Net kai Sviesos diodai nesviecia, kontakty blokas ir PCB gali buti maitinami.
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16 ISmetimas

PASTABA
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio,

alyvos ir kity komponenty tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti j specializuota pakartotinio panaudojimo, perdirbimo
ir utilizavimo jstaiga.

16.1 Apzvalga: iSmetimas

Jprastiné darbo eiga

Sistemos iSmetimas daZniausiai susideda i$ Siy etapy:
1 Sistemos issiurbimas.
2 Sistemos nuveZimas j specializuotg apdorojimo jstaiga.

INFORMACUA

[ ]
l ISsamiau Zr. techninés priezitros vadova.

16.2 Sistemos iSsiurbimas

Pavyzdys: tausodami aplinka, iSsiurbkite sistema perkeldami arba iSmesdami
jrenginj.

@ PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
L: Slégio mazinimas — 3altneSio nuotékis. Jie norite sumazZinti slégj sistemoje ir

Saltnesio kontdre yra nuotékis:

= NENAUDOKITE bloko automatinio slégio mazinimo funkcijos, kuri leidzia surinkti
visg Saltnesj is sistemos j lauko bloka. Galima pasekmé: Kompresoriaus savaiminis
uzsiliepsnojimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

® Naudokite atskirg rekuperacijos sistemg, kad bloko kompresorius NEVEIKTY.

PASTABA
ISsiurbdami sistema, pries nuimdami ausalo vamzdelius sustabdykite kompresoriy. Jei

iSsiurbiant sistemg kompresorius vis dar veikia ir stabdymo voztuvas yra atidarytas, j
vidy bus jsiurbiama oro. Dél nejprasto slégio ausalo sistemoje gali sugesti
kompresorius ir blti pazeista sistema.

Atliekant siurblio isjungimo proceddrg, visas $altnesis iStraukiamas iS sistemos j
lauko bloka.

1 Nuimkite voztuvo dangtelj nuo skyscio ir dujy uzdarymo voztuvy.

2 Atlikite priverstinio vésinimo procedira. Zr. skirsnj "16.3 Priverstinio vésinimo
paleidimas ir iSjungimas" [» 70].

3 Po 5-10 minuciy (jei lauke — itin Salta (<-10°C) — po 1-2 minuciy)
SeSiabriauniu raktu uzdarykite skyscio uzdarymo voztuva.

Patikrinkite kolektoriy, ar pasiektas vakuumo lygis.

Po 2-3 minuciy uzdarykite dujy uzdarymo voztuvg ir sustabdykite priverstinio
vésinimo proceddra.
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Dujy uzdarymo voztuvas
Uzdarymo kryptis
Segiabriaunis raktas
Voztuvo dangtelis

SkyscCio uzdarymo voztuvas

16.3 Priverstinio vésinimo paleidimas ir iSjungimas

Priverstinio vésinimo proceddrg galima atlikti 2 metodais.

= 1 metodas: naudojant patalpos bloko ON/OFF jungiklj (jei jis yra patalpos bloke).

= 2 metodas: naudojant patalpos bloko naudotojo sgsaja.

16.3.1 Kaip paleisti ir sustabdyti priverstinj vésinimg naudojantis patalpos bloko jjungikliu /

iSjungikliu

1 Paspauskite ON/OFF jungiklj ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: jrenginys pradeda veikti.

i

INFORMACUA

priverstinis vésinimas automatiskai stabdomas po 15 minuciy.

2 Norédami sustabdyti procedtirg anksciau, paspauskite ON/OFF jungiklj.

16.3.2 Kaip paleisti ir sustabdyti priverstinj vésinimg naudojantis patalpos bloko naudotojo sgsaja

1 Nustatykite vésinimo veikimo reZzima. Zr. patalpos bloko jrengimo vadovo
skirsnj "Kaip atlikti eksploatacijos bandyma".
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17 Techniniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal

(taikomas tapatumo nustatymas).

17.1 elektros instaliacijos schema.

17.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio pateiktoje elektros
instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija vykdoma arabiskais skaitmenimis
didéjancia tvarka, tolesnéje apzvalgoje ji Zymima "*" dalies kode.

Simbolis  ReikSmeé Simbolis  |ReikSmé

_/_ Jungtuvas D Apsauginis jZeminimas
P

——

- Jungtis Apsauginis jZeminimas (sraigtas)
es« eall | Jungtis ® Lygintuvas

L JZeminimas G- Relés jungtis

H W W-: | Vietiné instaliacija '@ Trumpojo jungimo jungtis

i — Saugiklis - Kontaktas

3'.):%:% Patalpos blokas oo Kontakty juosta

(;J;D_’QM‘_R Lauko blokas oOe Laidy spaustukas

_j/ Liekamosios srovées

apsaugas

Simbolis  |Spalva Simbolis Spalva

BLK Juoda ORG OranZine

BLU Meélyna PNK RoZiné

BRN Ruda PRP, PPL Violetiné

GRN Zalia RED Raudona

GRY Pilka WHT Balta

YLW Geltona

Simbolis ReikSmé

A*Pp Spausdintinés schemos plokste

BS* Jjungimo/isjungimo mygtukas, valdymo

jungiklis
BZ, H*O Zirzeklis
c* Kondensatorius
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Simbolis

Reiksmeé

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Sujungimas, jungtis

D*, V*D Diodas

DB* Diody tiltas
DS* DIP jungiklis
E*H Sildytuvas
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB, bloko
viduje)

FG* Jungtis (rémo jZeminimas)

H* Laidy pyné

H*P, LED*, V*L Kontroliné lemputé, Sviesos diodas
HAP Sviesos diodas (veikimo stebéjimo,

Zalias)

HIGH VOLTAGE

Aukstoji jtampa

IES

Jutiklis "Intelligent Eye"

IPM*

[Smanusis maitinimo modulis

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M

Magnetiné relé

L Teka srove

L* Rite

L*R Reaktorius

M * Zingsninis variklis

M*C Kompresoriaus variklis
M*F Ventiliatoriaus variklis
M*P DrenaZo siurblio variklis
M*S Sukiojimo variklis

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnetiné relé

N Neutralus

n=*, N=* Praginy pro ferito Serdj skaicius

PAM Moduliuojamos amplitudés impulsas

PCB* Spausdintinés schemos plokste

PM* Maitinimo modulis

PS Maitinimo Saltinio perjungimas

PTC* PTC termistorius

Q* Izoliuotyjy varty dvipolis tranzistorius
(IGBT)

Q*C Jungtuvas

Trumpasis montuotojo vadovas
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Simbolis ReikSmeé

Q*DlI, KLM Nuotékio j jzeminimo grandine
jungtuvas

Q*L Apsauga nuo perkrovos

Q*M Termojungiklis

Q*R Liekamosios sroves apsaugas

R* VarZas

R*T Termistorius

RC Imtuvas

S*C Ribinis jungiklis

S*L Pladinis jungiklis

S*NG Saltnesio nuotékio detektorius

S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)

S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)

S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)

S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)

S*T Termostatas

S*RH Drégnumo jutiklis

S*W, SW* Valdymo jungiklis

SA*, F1S Virsjtampio slopintuvas

SR*, WLU Signalo imtuvas

SS* Rinkiklis

SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji plokste

T*R Transformatorius

TC, TRC Siystuvas

V*, R*V Varistorius

V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty dvipolio
tranzistoriaus (IGBT) maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Kontaktas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio voztuvo
rité

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F TriukSmo filtras
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17.2 Vamzdziy schema: lauke naudojamas jrenginys

Komponenty PED kategorijos klasifikacija:
= Auksto slégio jutikliai: IV kategorija
= Kompresorius: Il kategorija

= Kiti komponentai: zr. PED 4 straipsnio 3 pastraipg

2MXM50, 2AMXMS50, 2AMXF50, 2MXF50

g 7.9CuT

7.9CuT

ADe
Hs

<
(¢

|
|
|
|
|
|
|
| /N
! 9.5cuT I__A ______
l ' } 9.5CuT ()eo50uT Igl 9.5CuT SZ]_\» _ ,f;l,:,@icﬂ) _
l 9.5CuT //g/\k 9.5CuT \L ! i g/J © I i j
l Nt ra \T 9.5cuT M a.50uT §<]+ _ ,«jL ,(127.87@),
| ¢ A
| . e |
! b [FPsi |
l c 9.5CuT |
| d! |
| |
| : |
| ° |
- _
Patalpa A
Patalpa B

Ketursakis voZtuvas jjungtas: Sildymas

Duslintuvas

ISleidimo vamzdZio termistorius
Kompresorius

Sléginis akumuliatorius

AtSakos vamzdis

Termistorius (dujy)

Dujy uzdarymo voztuvas
Vietinis vamzdynas (dujy)
Vietinis vamzdynas (skyscio)
Skyscio uzdarymo voztuvas
Termistorius (skyscio)

Filtras

Variklinis voztuvas

Duslintuvas

Lauko oro temperatdros termistorius
Silumokaitis

Ventiliatoriaus variklis
Saltnesio srautas: vésinimas
Saltnesio srautas: sildymas

| * S0 053 X .TR DO 0T O @D

Auksto slégio jungiklis su automatiniu nustatymu i$ naujo

o
m .
6.4CuT, @A % T 64CuT {>|<]+ __ _=r-(64CuT)

A

m 1 ' B
B4CuT, T B4CUT oo ,<IE: ~(6:4CuT)
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18 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis gaminio montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoneé, galinti atlikti arba organizuoti bating gaminio technine
priezilra.
Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfiglruoti ir priziGréti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Techninés priezitros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis
(jei tinkamas), kaip gaminj arba jrangg montuoti, konfiglruoti, eksploatuoti
ir (arba) prizidréti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Pasirinktiné jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
Jsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
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