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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 Termékkod

2MXM68A2, 3MXM40A2, 3MXM52A2, 3MXM68A2, AMXM68A2, 4MXMS80A2,
5MXMS90A2

1.2 A dokumentum bemutatdsa

A

FIGYELEM

Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt
anyagok megfeleljenek a Daikin utasitasainak (beleértve "Dokumentdaciokészlet"
részben felsorolt 6sszes dokumentumomt) és a jogszabdlyi el8irdsoknak, és a munkat
kizarolag szakember végezze el. Eurépaban, valamint az IEC szabvanyokat hasznald
tertleteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozdé szabvany.

i @

INFORMACIO

Gy6z6djon meg rola, hogy a felhasznald rendelkezik a nyomtatott dokumentacioval,
és kérje meg, hogy Grizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.

Célkozonség

Képesitett szerel6k

i

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, konnylipari vagy
mezd8gazdasagi, illetve nem szakemberek altali kereskedelmi és hédztartdsi hasznalatra
lett tervezve.

i @

INFORMACIO

Ez a dokumentum csak a kiltéri egység felszerelésével kapcsolatos informaciokat
tartalmazza. A beltéri egység beszereléséhez (a beltéri egység felszerelése,
hiit6kozeges6 csatlakoztatasa a beltéri egységhez, elektromos hozalozas bekotése a
beltéri egységre...) ldsd a beltéri egység szerelési Ututatojat.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentacidokészlet a
kévetkez6kbdol all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:

- Biztonsagi utasitasok, melyeket Gizembe helyezés el6tt el KELL olvasni

- Formatum: Papir (a klltéri egység dobozaban)

= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:

- Szerelési utasitasok

- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozdban)

= SzerelGi referencia-utmutato:

- Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok, ...

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A

megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

SzerelGi referencia-Utmutato
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https://www.daikin.eu

1| A dokumentum bemutatasa

A mellékelt dokumentdcid legujabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezhetbk be.

Olvassa be az aldbbi QR-kdédot a teljes dokumentacio, valamint a Daikin weboldalon
talalhato informacid lehivasaért.

2MXM-A8 3MXM-A8
[=]: %
Edxet:
4MXM-A8 5MXM-A8

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tébbi nyelvd véltozat az dtmutatéd
eredeti szovegének a forditdsa.

Miiszaki adatok
= A mdszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhatd (jelszo szikséges).

1.2.1 Afigyelmeztetések és szimbdlumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hé6mérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hiit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

=
no
—

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

il il Sl

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
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1 | A dokumentum bemutatasa

MEGJEGYZES
Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

[ ]
l Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jel6lés Magyarazat

I:E Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és lzemeltetési
kézikdnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés eldtt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

H:I:H Tovabbi informdacidkat az "Referencia Utmutaté a
— beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

‘ﬁ Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen ovatos az
A egység szervizelése vagy ellenérzése kozben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jel6lés Magyarazat
Az 4dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tébldzat cimét vagy a rd mutaté hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tabldzatat"
jelenti.
SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5SMXM-A8
6 R32 Split sorozat
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazojaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= NEM szabad mi{kéd6é rendszernél vagy a mikodés utdn kozvetlenldl a
hltékozegesovekhez, a vizesovekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(it.

= Avéletlentl szivargo hlit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionadlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi elGirdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A miianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kévetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, flistolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkeszty(t és -szemiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érjen a levegé bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

> B> BB B B P

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felallni.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
R32 Split sorozat
4P766272-5C - 2025.05
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

MEGJEGYZES
A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott szdraz idGjarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozdé jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz6konyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezé informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id6szakok stb.

Emellett legaldbb a koévetkezd informdciét is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltdsag, rendbrség és kérhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z8 terlletet. NE fedje le a szell§z8nyildsokat.

= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kérnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromdagneses hulldamokat gerjeszté gépek lGzemelnek. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlé rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargdsa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargdsat okozhatja.

Utmutatasok R32 hiit6kozeget hasznalé berendezéshez

ﬁ A FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 h(it6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6é folyamat felgyorsitdsdhoz vagy a tisztitashoz kizérdlag a gyartd
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

FIGYELEM
A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell

tarolni, ahol nem muikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodd
gazkészllék vagy elektromos flitéberendezés) és a az alabbi alapterilet( helyiséget
kell biztositani.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

FIGYELEM
Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin

utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészulékek hasznalatara vonatkozd orszagos eldirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM
= Tegyen ovintézkedéseket a hiit6kozegesoveket érd tulzott rezgés vagy pulzélas

elkerilése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a lehet§ legnagyobb
mértékben védje a karos kornyezeti hatdsokkal szemben.

= Hosszu cs6vezetékeknél hagyjon helyet a csovek tagulasanak és zsugoroddasanak.

= A h(it6kozeg-rendszereket Ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karosito hidraulikus sokk lehetésége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsagosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlenil a butorok
mozgatdsa vagy felujitdsi munkak kozben.

FIGYELEM
Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekotve az egységgel csérendszeren keresztil,

akkor Ggyeljen az aldbbiakra:

= nem m(ikodhet allandd gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy
elektromos flit6berendezés) a helyiségben, ha a padldszint alacsonyabb, mint a
minimdlis alaptertlet A (m?) értéke.

" a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést telepiteni, amely potencialis
gyujtoforras lehet (példaul: 700°C folé melegedd felllet vagy elektromos
kapcsoléberendezés);

= kizarélag a gyartd dltal jovahagyott segédberendezések hasznalhatok a
csOszereléshez;

= a leveg8bemenet ES kimenet kdzvetleniil, csGvezetéken keresztiil csatlakozzon
ugyanazon helyiséghez. NE haszndljon olyan tereket, mint pl. az dlmennyezet a
levegd be- vagy kimenetéhez.

VIGYAZAT
SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtoforrast a hlt6kozeg-szivargas kereséséhez

vagy azonositasahoz.

MEGJEGYZES
= NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégyrlket.

= A h(t6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférhet6k legyenek.

77

Beszerelési tér elGirasai

FIGYELEM
Ha az alkalmazas soran R32 h(it6kozeget hasznalnak, akkor annak a helyiségnek az

alapteriilete, ahové a késziilékeket beszerelik, tizemeltetik és taroljak, MINDENKEPP
nagyobb legyen, mint az aldbbi tablazatban meghatarozott minimalis alapterilet A
(m?). Ez vonatkozik a kévetkez6kre:

= Olyan beltéri egységek, melyekben nincs h(it6kozeg-szivargast észleld szenzor,
olyan beltéri egységek esetében, melyekben van hit6kozeg-szivargdst észleld
szenzor, olvassa el a szerelési Utmutatot

= Beltérben felszerelt vagy tarolt kiltéri egységek (pl.: télikert, garazs, gépterem)
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

MEGJEGYZES
= A csGvezetékeket biztonsdgosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai

karosodastol.

= Alehet6 legkevesebb csévezetéket hasznalja.

A minimdlis alapteriilet meghatarozasa
1 Hatdrozza meg a rendszerbe toltott dsszes hlitékdzeg mennyiségét (= gyari
hlt6kozeg-mennyiség @ + ® utantoltott hit6kdozeg mennyisége).

M Contains fluorinated greenhouse gases

LR32 | o< |kg

GWP: xxx

o ks
9 —
9 90:0- |kg

| ﬂﬁl Tl (C0,eq

2 Valassza ki, melyik dbrat vagy tablazatot kivanja hasznalni.

= Beltéri egységekhez: Az egység mennyezetre er@sitett, falra szerelt vagy
padldra allitott készulék?

= Beltérbe szerelt vagy tarolt kiltéri egységek esetében ez a beszerelési
magassagtol figg:

Ha a beszerelési magassag... Akkor a kévetkez6 abrat vagy tablazatot
hasznalja...

<1,8m Padlora allitott egységek
1,8<x<2,2 m Falra szerelt egységek
>2,2m

Mennyezetre er@sitett egységek

3 Az dabravagy a tablazat segitségével hatdrozza meg a minimalis alapteriletet.
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

o /’; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
e / § unit® unit® unit©

;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kag) A (m?)
L /i1 | <1842 — <1.842 — <1.842 —
] /1| 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
T s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
el / § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / 5 24 4.74 2.4 5.79 24 49.0
o0 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
s 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
50, : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 ] 34 7.32 34 10.9 34 98.4
st g 36 8.20 36 12.3 36 110
490 j 38 9.14 38 13.7 38 123
P £ 3 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
P < } 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' S/ s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o i 1 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
— o/ 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
E 30 ; 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 ; 5.4 18.5 5.4 276 5.4 248
< ¥y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
B : 58 213 58 318 58 286
m 3 6.0 2238 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
250 : 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
P § 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
1% i 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
1700 3 7.2 3258 7.2 49.0 7.2 441
50 ] 74 34.7 74 51.8 74 466
pRTL 5 76 36.6 76 54.6 76 492
120 ] 7.8 38.5 7.8 57.5 7.8 518
1000 i 8 405 8 60.5 8 545
0D SEsEssgassees 8.2 42.6 8.2 63.6 8.2 572
ne onted unit ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 ﬂa\rﬁ e i 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
01 - — —ntedunt : 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
1024 LT [Celld : 9 513 9 76.6 9 689
01.5 22126] 3 34]38]42]46] 5 [54]58]62]66] 7 [74]78]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
12 24283236 4 44 4852 56 6 64 687276 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 9.55; 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m Arendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége
A... A minimalis alapterilet
(a) Ceiling-mounted unit (= Mennyezetre ersitett egység)
(b) Wall-mounted unit (= Falra szerelt egység)
(c) Floor-standing unit (= Padldra allitott egység)

2.1.3 HUit6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovadbbi informdcidkért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szerel8i referencia-Utmutatojat.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbol:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden h(it6kozeget a kultéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

® Haszndljon kilon begy(jt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
tzemelni.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomaésnal (lasd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A hit6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 ovintézkedéseket. Ha
hitékozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracié zart térben oxigénhianyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel talalkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(té6folyadékot MINDIG gydijtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. Hit6kozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utdn szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejuto oxigén 6ngyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltsén be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg roéla, hogy a h(it6kozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépdban az EN378 szabvény van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csészerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI @ PP P

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhato hlit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve hlit6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektdl és a cs6hosszaktdl flggden
hit6kozeg-utantoltésre lehet szikség.

= A kell6 nyomasalldsag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelSzése érdekében KIZAROLAG a hiitékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlt6kozeget az aldbbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazallapotu
hit6kozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hiit6kozeg-utdntoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hiit6kdzeg-mennyiség.

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

2.1.4 Elektromos

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése eldtt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategoriaju tulfesziltség Iépne fel.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése az orszédgos torvényi
el6irasoknak megfeleléen tortént-e.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kilsé nyomas.

* Gondoskodjon megfelel6 foldelésr6l. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés dramutést eredményezhet.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramellatasrél Gzemeltetni.

® Gondoskodjon rodla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
adramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kdzotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelSvezetéké.

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elGirasok:
[ [ ) eon @
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tulmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils§ er§ ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol fliggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5SMXM-A8
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

A kiiltéri egység kezelése (lasd "4.1.2 A kiltéri egység kezelése" [» 22])

VIGYAZAT
A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg6bemenetét

vagy aluminium bordait.

VIGYAZAT
CSAK a kovetkez6knek megfelelen kezelje a kiiltéri egységet:

/
v

7=

Egység beszerelése (lasd "6 Egység beszerelése" [» 25])

FIGYELEM

Az lizembe helyezést az Uizembe helyezd szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt
anyagoknak és a rendszer 6sszeallitdsanak meg kell felelnie a vonatkozé el6irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

>

Beszerelési helyszin (lasd: "6.1 A berendezés helyének elékészitése" [» 25])

VIGYAZAT

= Ellenérizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység sulyat. A hibas felszerelés
veszélyt okoz. Emellett vibracio és szokatlan miikodési zaj is jelentkezhet.

* Hagyjon elégséges szerelési teret.

ez vibracioét okozhat.

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkertlése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mkaodik allando gyujtoforras (pl.: nyilt lang, miikodé gazkészilék
vagy elektromos f(t6berendezés). A helyiség méreteit az Altaldnos biztonsagi
el6irasok fejezetben foglaltak hatdrozzék meg.

* NE szerelje fel az egységet Ugy, hogy az a mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel

Az egység kinyitasa (lasd: "6.2 Az egység felnyitasa" [» 29])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitdsa utan NE hagyja fellgyelet nélkil az egységet.

>

SzerelGi referencia-Utmutato
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VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

> P

7

Csdszerelés (lasd "7 CsGszerelés" [» 33])

VIGYAZAT

A split rendszer cs6vezetékei és csatlakozoéit oldhatatlan kotéssel kell elvégezni a
lakotéren belll, kivéve, ha a csatlakozok kozvetlendl a beltéri egységekhez
csatlakoznak.

VIGYAZAT

= A szdllitas soran R32 hiit6kozeggel toltott egységeken nem lehet helyszini
forrasztast vagy hegesztést végezni.

> B

= A h(itérendszer beszerelése kdzben, amennyiben legaldbb egy csatlakoztatott
rész hitdkozeggel van feltoltve, az aldbbi kovetelményeket kell betartani:
lakoterekben tilos oldhatd kotést létrehozni az R32 hiit6kozeg csatlakozasai
kozott, kivéve a beltéri egységet kdzvetlenll a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotést. A beltéri egységet kozvetlenll a cs6vezetékhez kapcsold,
helyszinen elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

VIGYAZAT

CsGszereléskor NE csatlakoztassa a ledgazd csoveket és a kiltéri egységet a beltéri
egység csatlakoztatdsa nélkil olyan meggondoldssal, hogy a beltéri egységet majd
késébb kotik ra.

hit6kozegesovek még NINCSENEK bekdtve és az elzardszelep nyitva van, akkor a
kompresszor bekapcsoldsakor leveg6t sziv a rendszer. Ez rendellenes nyomast hoz
|étre a h(it6korben, és a berendezés karosodasahoz, s6t sériléshez vezethet.

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés h(it6kozeg-szivargast okozhat.

®= NE haszndlja Ujra a csGtokokat. A hiit6kozeggaz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

* Csak az egységhez mellékelt hollandi anydkat hasznalja. Mas hollandi anydk
hasznalata a hit6kozeggaz szivargasdhoz vezethet.

VIGYAZAT

A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a szelepeket. Ellenkezd esetben
gazszivargas jelentkezhet.

FIGYELEM
A kompresszor bekapcsolasa el6tt a hiitékozegesoveket készre kell szerelni. Ha a

VESZELY: ROBBANASVESZELY

[ e A vakuumszaritas befejezése elStt NE nyissa meg a szelepeket.
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

Hiit6kozeg feltoltése (lasd: "8 Hit6kozeg feltdltése" [» 47])

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt h(it6kozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altalaban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha hiit6kozeg-szivargds miatt a szoba levegéjébe
hitékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy f(itészallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes f(it6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig azt a szakaszt, ahol a
hltékozeg szivérog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Gveghazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hltékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(it és véddszemiveget.

FIGYELEM

Az esetleg szivargd h(it6kozeg SOHA ne érjen a bérhoz. Ellenkezé esetben sulyos
fagyasi sérilés keletkezhet.

FIGYELEM
" Csak R32 hi(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet

Elektromos bekotések (lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 52])

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

FIGYELEM

* Ha a tapelldtasban hidanyzd vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a
berendezés nem fog mikodni.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek

Alakitson ki megfelel§ foldelést. NE foldelje az egységet gdazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kulonésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mUanyag ragasztdszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort, mivel az egységben inverter taldlhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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3 | AtelepitSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

FIGYELEM

Hasznaljon minden podlust megszakitd kapcsolot, és hagyjon legaldbb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit Ill-as kategoriaju
tulfesziltség esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartdra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramditést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM
® NE hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken bell.

= NE valassza le az elvezet8szivattyu stb. tapellatasadt a csatlakozoblokkrol. Ez
aramutést vagy tlizet okozhat.

FIGYELEM

Az 6sszekotSkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrésodhatnak.

> B BB PP

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is beleértve) a tapellatasrol kapja a
feszlltséget. Csupasz kézzel NE érintse meg.

A kiiltéri egység felszerelésének befejezése (lasd "10 A kiltéri egység
felszerelésének befejezése" [» 58])

>

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
® Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfelel6en foldelve legyen.
= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tdpellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a kapcsolddoboz fedelét.

Belizemelés (lasd: "12 Belizemelés" [» 63])

VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé munka kozben NEM szabad prébailizemeltetést
végezni.

A probalzem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mikodnek. A probalizemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> P

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
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Karbantartas és szerelés (lasd: "14 Karbantartas és szerelés" [» 69])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tdpelldtast, vdrjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A kivezetések pontos
helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

FIGYELEM

= Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat elkezdi, MINDIG ellendrizze, hogy
az dramforraspanelen a halézati megszakitd le van-e kapcsolva, tévolitsa el a
biztositékokat, vagy kapcsolja vissza az egység védéberendezéseit.

> BB P

= Az elektromos alkatrészekhez az aramtalanitdas utdan még 10 percig NE érjen
hozza, mert azok nagyfesziltséget adhatnak le.

= Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei felforrésodhatnak.
= Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezet részeket.

= Az egységet NEM szabad b{ vizzel lemosni! Ez daramiitést vagy tizet okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Ezt a kompresszort csak foldelt rendszerben szabad hasznalni.
= A kompresszor szervizelése el6tt kapcsolja ki az dramellatast.

= Szervizelés utan szerelje vissza a kapcsolddoboz fedelét és szervizfedelet.

VIGYAZAT

MINDIG viseljen védGszemveget és védbkeszty(it.

> P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

= A kompresszor eltavolitdsdhoz hasznaljon csévagot.

F\?‘

= NE hasznaljon keményforrasztd pisztolyt.

= Csak jovahagyott hiit6kozegeket és kenGanyagokat hasznaljon.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.

>

Hibaelharitas (lasd: "15 Hibaelharitas" [» 72])

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellendrizze, hogy az
egység le van vélasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel§ megszakitét.

>

" Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, miel6tt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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3 | A telepit6knek sz6lé biztonsagi utasitasok

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathato el kilsé kapcsoldeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a kézmdl rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
" Ha az egység NEM Uzemel, a PCB panelen a LED-ek kikapcsolnak

energiatakarékossagi céllal.

= A csatlakozoblokk és a PCB akkor is dram alatt lehet, ha a LED-ek nem vilagitanak.

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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4 A doboz bemutatdsa

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

|1| Torékeny, az egységet dvatosan kell kezelni.

Az egység maradjon allo helyzetben, hogy ne sériljon meg.

4.1 Kultéri egység

4.1.1 Akulltéri egység kicsomagolasa

4.1.2 Akulltéri egység kezelése

VIGYAZAT
A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegGbemenetét

vagy aluminium bordait.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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4 | A doboz bemutatdsa

VIGYAZAT
CSAK a kovetkez6knek megfelelGen kezelje a kiiltéri egységet:

MEGJEGYZES
" Helyezze az egységet sik fellletre.

= A felszerelés el6tt ellendrizze, hogy az aluminiumbordak egyenek az egységen. Ha
a bordak elhajoltak, egyenesitse ki javitésablonnal (nem tartozék).

4.1.3 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrél
1 Emelje fel a kiltéri egységet.
2 Tdavolitsa el a tartozékokat a csomag aljardl.

3 Ellendrizze, hogy az egységhez rendelkezésre allnak-e az alabbi tartozékok.

a b c d e
1x 1% 1% |1x 1%
n
f g h i
1% 6% 3x 1%

Kiltéri egység szerelési kézikdnyve

Altaldnos biztonsagi el8irasok

Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatdast okozé gazokrol

Fluorozott, Gveghdzhatasu gazokra figyelmezteté tobbnyelvi cimke
Kondenzvizgy!ijté

Csavaros zacskoé. A csavarok az elektromos vezetékek rogzitészalagjanak

feler@sitésére szolgalnak.

g LeeresztGsapka (kicsi)

h Leereszt6sapka (nagy)

i Sz(ikit6 szerelvény

j Energiacimke
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5 Az egység bemutatasa

INFORMACIO

[ ]
l NEM lehetséges csak 1 beltéri egységet csatlakoztatni. Legaldbb 2 beltéri egységet
csatlakoztasson.

INFORMACIO

Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési korulményektdl fuggben sziikség lehet az
elektromos huzalok bekotésére a hiitékozeg betoltése elbtt.

i @

A multi alkalmazdsban haszndlt hibrid vagy DHW generdtor 1 helyiség
csatlakozasnak szamit.

A megfelel6 kombindcid ismertetését a megfelel§ tadblazat, valamint a multi
alkalmazasban haszndlt hibrid vagy DHW generdtor szerelési kézikonyve
tartalmazza.

é A FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlitékozeg kis mértékben tlizveszélyes.

INFORMACIO

Az Uzemi hatdrértékeket a kulltéri egység mdiszaki adatainak legujabb verziojaban
talalja a Daikin honlapjan (nyilvanosan hozzaférhet6).

i @

5.1 Azonositas

MEGJEGYZES
Tobb készulék egyszerre torténd tizembe helyezése vagy szervizelése esetén lgyeljen

ra, hogy NE cserélje 0ssze a kilonb6zé modellek szervizpaneljeit.

5.1.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység

Hely
[7 . s 1)
S
i @M N
(
9]
@|
®
L [ —
=
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6 | Egység beszerelése

6 Egység beszerelése

FIGYELEM

Az Uzembe helyezést az izembe helyez6 szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt
anyagoknak és a rendszer 6sszeallitasanak meg kell felelnie a vonatkozé el6irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

Ebben a fejezetben

6.1 A berendezés helyének el6készitése 25
6.1.1 A kultéri egység izembe helyezései kovetelményei.. 26
6.1.2 A kultéri egység Uizembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton 28
6.2 Az egység felnyitasa 29
6.2.1 Az egység felnyitdsa 29
6.2.2 Akultéri egység felnyitésa ... 29
6.3 A kultéri egység felszerelése 29
6.3.1 Akultéri egység felszerelésének részletei .. 29
6.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor 30
6.3.3 A felszereléshez hasznalt struktira biztositasa 30
6.3.4 A kultéri egység felszerelése 31
6.3.5 A vizelvezetés biztositasa 31
6.3.6 Akultéri egység ledélésének megakadalyozésa 32

6.1 A berendezés helyének el6készitése

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mikodik allandé gyujtéforras (pl.: nyilt 1ang, mkodd gazkészilék
vagy elektromos fit6berendezés). A helyiség méreteit az Altaldnos biztonsagi
el6irasok fejezetben foglaltak hatdrozzédk meg.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatdsahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

VIGYAZAT

= Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység sulyat. A hibas felszerelés
veszélyt okoz. Emellett vibracio és szokatlan miikodési zaj is jelentkezhet.

* Hagyjon elégséges szerelési teret.

* NE szerelje fel az egységet gy, hogy az a mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel
ez vibracioét okozhat.

= Olyan helyet vélasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg leveg6 vagy a mikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozé elSirdsoknak.

= Biztositson elegenddé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Kerllje az olyan helyeket, ahol gyulékony gdz szivaroghat.

= A kép- vagy hanginterferencia megel6zése érdekében Ugyeljen arra, hogy a
kommunikacids kabelek és a tapkabelek legaldbb 3 méter tavolsagra legyenek a
tévé- és radidkészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatél fuggben elképzelhetd,
hogy 3 méter tavolsag sem elégséges.
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MEGJEGYZES
NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kiltéri egység ala, mert a targyak

elazhatnak. Az egységen vagy a berendezés hiit6kozegesovein lecsapddott
kondenzviz, a levegdszlir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltomd&dése miatt viz
csopoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala tett targyban vagy beszennyezheti
azokat.

6.1.1 AKkultéri egység Uzembe helyezései kbovetelményei

o INFORMACIO
l A kovetkez§ elSirdsokat is olvassa el:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [» 7].

= "7.1.3 Hiit6kozeges6 hossza és szintkilonbsége" [» 35].

Vegye figyelembe a térkozokkel kapcsolatos kdvetkez§ irdnyelveket:
_>100  >350

<1200

\t bt ib [>100

Nttt ib]>100

———
-~

———
~=

W4 b 4b [>100

=
l———

a Levegbkimenet
b Levegdbemenet

A mennyezettdl legyen legaldbb 300 mm hely a szereléshez és 250 mm a vezetékek
és csovek szervizeléséhez.

o
o

AL

Jo—s

(mm) >250

MEGJEGYZES
A kultéri egység kimeneti oldalan a fal magassaganak <1200 mm-nek KELL lenni.

MEGJEGYZES
* NE helyezze egymasra az egységeket.

= NE flggessze a mennyezetre az egységet.

A kiltéri egység levegSkimenetét éré erds szél (=18 km/h) rovidzérlatot okoz (az
elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

SzerelGi referencia-Utmutato 'DA’K’N 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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= a mikodési teherbirds csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulds a f(itési Gzemmaddban,
= a m@kodés megszakaddsa a nyomas tulzott csokkenése vagy ndvekedése miatt,

= a ventilator karosodasa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

Ajanlott Ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a leveg6bemenet a falra nézzen, és
NE legyen kozvetlenll kitéve a szélnek.

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
¢ Leveg8kimenet

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Zavaro lehet a mikodés hangja (példaul halészoba kozelében).
Megjegyzés: Ha tényleges zembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kornyezeti hang- és zajvisszaverddés miatt a mért érték magasabb lehet a

mUszaki  adatok  kézikdonyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomadsszintnél.

. INFORMACIO
l A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Ahol &svényolajpéra, olajos permet vagy g6z lehet a leveg6ben. A mianyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a fesziiltség sokszor ingadozik
= Gépjarmdvekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyelien ra, hogy a kiltéri egységet NE érje
kdzvetlendl sés levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegd okozta korrozidt,
ami az egység élettartamdanak csokkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széltél védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5MXM-A8
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6 | Egység beszerelése

H HHBHBA

a Tengeriszél
b Epilet
c Kultéri egység

Ha a kultéri egységet kdzvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogot.
= Szélfogd magassaga=1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogo felszerelésekor Ugyeljen a szerelési tér elGirdsaira.

d
c

o
o
H HHBHHA

[ 1]

Tengeri szél
Epilet

Kultéri egység
Szélfogd

S n T O

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznadlatra, és az aldbbi tartomanyba esé
kornyezeti hémérsékletre tervezték (hacsak masként nincs megadva a
csatlakoztatott beltéri egység hasznalati Utmutatdjaban):

Hiités maod Flités maod
—-10~50°C DB —20~24°C DB

6.1.2 AKkultéri egység izembe helyezései kdvetelményei hideg éghajlaton

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastdl, és lgyeljen ra, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a ho.

a Ho6tol védo fedél vagy fllke
b Allvany

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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¢ Uralkodo szélirany
d LevegSkimenet

Ajanlott legaldbb 150 mm (er6s havazédsnak kitett terlleteken 300 mm) szabad
helyet hagyni az egység alatt. Emellett Ugyeljen arra is, hogy legalabb 100 mm-rel
magasabban helyezze el az egységet, mint a varhaté legmagasabb hdszint. Szikség
esetén helyezze dllvanyra. Tovabbi informdcidkat lasd: "6.3 A kiltéri egység
felszerelése" [» 29].

Olyan helyeken, ahol er6s havazds lehetséges, nagyon fontos olyan Uzembe
helyezési helyet vélasztani, ahol a hé NINCS hatassal az egység mikodésére. Ha
oldalirdnyu havazds is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserélét NE érje a hé.
Szlkség esetén szereljen fel hétol véds fedelet vagy fllkét és allvanyt.

6.2 Az egység felnyitasa

6.2.1 Az egység felnyitasa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsakor

= Az elektromos huzalozds csatlakoztatdsakor

= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitdsa utdan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

6.2.2 AKkultéri egység felnyitasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

6.3 AKkultéri egység felszerelése

6.3.1 AKkultéri egység felszerelésének részletei

Mikor

A kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a hi{t6kozegesoveket
csatlakoztathatna.

2MXM-A8, 3BMXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemzéen a kovetkezd |épésekbdl all:
1 Afelszereléshez haszndlt struktura biztositdsa.

A kiltéri egység felszerelése.

A vizelvezetés biztositasa.

Az egység led6lésének megakadalyozasa.

U b W N

Az egység ho és szél elleni védelme hdéfedél és terel6lemez felszerelésével.
Lasd: "6.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 25].

6.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

°
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [» 7]

= "6.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 25]

6.3.3 A felszereléshez haszndlt struktira biztositasa

Ellendrizze a felszerelés talajanak er@sségét és szintjét, hogy az egység ne vibraljon,
és ne okozzon zajt.

Hasznaljon vibracidcsokkentd gumilapot (nem tartozék) olyan esetekben, amikor a
vibracio atterjedhet az épuletre.

A berendezést kozvetlenll egy beton alapu tornacra vagy mas szilard fellletre
lehet helyezni, ha a kondenzviz-elvezetés megfeleld.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsdgosan az
egységet.

Készitse el az M8 vagy M10 alapozatcsavarok, anyak és csavaraldtétek 4 készletét
(nem tartozék).

Raiin

20 mm

I

(mm)

a 100 mm avarhatoé hészint felett

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 | Egység beszerelése

6.3.4 Akultéri egység felszerelése

X

A“:u@g@}

> E

4“=,u@4@4

6.3.5 A vizelvezetés biztositasa

= Gy6z6djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfelel6en el lehet vezetni.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet6vé teszi a megfeleld elvezetést,

hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Alakitson ki vizelvezetd csatornat az alap korul, amely elvezeti az egységtdl a

vizet.

= Gondoskodjon rdla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszéssa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallé lemezt is az egység aljatdl
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsdt az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezs abrat).

¥
Vo
MEGJEGYZES
Hideg tertleten NE hasznaljon kondenzvizgydijt6t, tomlét és sapkakat (nagy, kicsi) a

kiltéri egységhez. Tegye meg a szikséges lépéseket, hogy a kilrilé kondenzviz NE
FAGYHASSON meg.

MEGJEGYZES
Ha a kultéri egység kondenzviz-kivezet6 nyilasait az alapzat vagy az aljzat takarja,

akkor tegyen tovabbi magasitast az egység ald, hogy legaldbb 30 mm magasan
legyenek a kultéri egység labai.

= Szlkség esetén a vizelvezetéshez hasznaljon kondenzgyjtét.

e

o

a Kondenzviz-kivezet6 lyuk

2MXM-A8, 3BMXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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A kondenzvizlefolydk lezarasa és a kondenzvizgyiijtd csatlakoztatasa

1 Szerelje fel (g tartozék) a leeresztGsapkakat (h tartozék). Ellenérizze, hogy a
leeresztBsapkak széle teljesen elzarja a furatokat.

2 Szerelje fel a kondenzvizgyjt6t.

? b c

[OEEIEXO)

Kondenzviz-kivezetd lyuk. Szerelje fel a leereszt&sapkat (nagy).
Kondenzviz-kivezet lyuk. Szerelje fel a leereszt&sapkat (kicsi).
¢ Kondenzviz-kivezet§ lyuk a kondenzvizgyijtéhoz

T o

6.3.6 Akultéri egység ledblésének megakadalyozdasa

Amennyiben az egység olyan helyen van felallitva, ahol az erds szél megdontheti az
egységet, tegye a kovetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kdbelt a kovetkezd illusztracidn jeldlt médon (nem tartozék).
2 Helyezze a 2 kdbelt a kiiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kdbelek és a kultéri egység kdzé, hogy a kdbelek ne
karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa a kabelek végét.

Hlzza meg a kdbeleket.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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7 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

7.1

7.2

7.3

A UtEKOZEGCSOVEK BIGKESZITESE ...ttt ettt s ettt en et eaneas

7.1.1 H(itékozegesovekre vonatkozo eldirasok
7.1.2 A h(it6kozegesovek szigetelése...
7.13 HUit6kozeges6 hossza és szintkiilonbsége

A hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa

7.2.1 A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa

7.2.2 A h(it6kozegesovek Osszekotésével kapesolatos biztonsagi elirasok

7.2.3 Utmutaté a hiitékozegesovek 6sszekdtéséhez

7.2.4 Irdnyelvek a csvek hajlitasaval kapcsolatban

7.2.5 A csévég peremezése

7.2.6 Csatlakozds a kultéri és a beltéri egységek kozott, sz(ikité elemmel
7.2.7 Elzardszelep és szervizesatlakozo hasznélata

7.2.8 HUtékozegesovek csatlakoztatasa a kiltéri egységhez ..

A hiit6kozegesovek ellenérzése ...
7.3.1 A hit6kozegesovek ellendrzése.......ccooveveenene
7.3.2 A hiitékozegesovek ellenérzésévek kapcsolatos biztonsagi elSirasok

733 A szivargas ellendrzése

7.3.4 VAKUUMSZATTEAS EIVEGZESE ...ttt ettt ettt s ettt s ettt

7.1 A h(t6kozegcsovek el6keészitése

7.1.1 H(t6kozegesovekre vonatkozo e

Girdsok

lakotéren belll, kivéve, ha a csatlakozok kozvetlendl a beltéri egységekhez
csatlakoznak.

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomastarto alkatrészeket kell
hasznalni. A h(t6kozegesovek elbirt anyaga a hit6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

VIGYAZAT
A split rendszer csGvezetékei és csatlakozéit oldhatatlan kotéssel kell elvégezni a

. INFORMACIO

l Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi

el6irasok" [r 7] fejezetben.

= A
olajszennyez6dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari

70

H(it6kozegcsévek atmérdje

2MXM68
Folyadékcsévek 2x P6,4 mm (1/4")
Gézcsdvek 1x $9,5 mm (3/8")

1x @312,7 mm (1/2")

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Folyadékcsovek 3x @6,4 mm (1/4")

Gézcsovek 1x 9,5 mm (3/8")

2x $12,7 mm (1/2")

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
R32 Split sorozat
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4MXM68
Folyadékcsovek 4x 36,4 mm (1/4")
Gazcsovek 2x #9,5 mm (3/8")
2x $12,7 mm (1/2")
4MXM80
Folyadékcsévek 4x (6,4 mm (1/4")
Gézcsovek 1x 39,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x 15,9 mm (5/8")
5MXM90
Folyadékcsovek 5% 36,4 mm (1/4")
Gazcsovek 2x #9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x $15,9 mm (5/8")
. INFORMACIO
l A beltéri egységek alapjan szUikitd hasznalatara lehet sziikség. Tovabbi informaciokat
lasd: "7.2.6 Csatlakozds a kultéri és a beltéri egységek kozott, szlikité
elemmel" [» 39].

Hiit6kozegcsovek anyaga

CsGszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

Hollandianyas kotések

Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 4tméré (@) Keménységi fok Falvastagsag ()
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,8 mm N .
9,5 mm (3/8") @

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") >1 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl figgden (lasd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet szlikség.

7.1.2 A h(it6kozegesovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezGje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) kozott van

- amelynek h&allésaga legalabb 120°C
= Szigetelés vastagsaga:

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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Csd kiils6 atmérdje (@,) | Szigetelés bels6 atmérdje | Szigetelési vastagsag (t)
(2)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

2

4

(015

Ha a hémérséklet 30°C-nadl magasabb, és a relativ paratartalom nagyobb, mint
RH 80%, akkor a szigetel8anyag vastagsaganak legaldbb 20 mm-nek kell lennie,
hogy ne csapddjon pdra a szigetelés felliletére.

A gaz- és hiit6kozeg-folyadékcsdvekhez kilonallo hészigetels csdveket hasznaljon.

7.1.3 HUt6kozeges6 hossza és szintkllonbsége

INFORMACIO

®

l Hibrid, multi alkalmazdsok és multi telepitési DGW generdtorndl a neltéri egység
szerelési kézikdnyve ismerteti a megengedett legnagyobb h(it6kozegesd-hossz és a
szintklonbség értékét.

Minél rovidebbek a hlit6kozegesdvek, annal jobb a rendszer teljesitménye.

A cs6hossznak és a szintkllonbségnek meg kell felelni az aldbbi el6irdsoknak.

A megengedett legkisebb hossz egy helyiségre szamolva 3 m.

Kiiltéri egység Az egyes beltéri egységekhez |Hiit6kozegcsovek teljes
mend hiit6kozegcsévek hossza

2MXME8, 3MXM40, <25m <50m
3MXM52, 3MXM68
AMXM68 <60 m
4AMXM80 <70 m
5MXM90 <80m

. INFORMACIO

l 3MXM40 vagy 3MXM52 kultéri egységek és CVXM-A és/vagy FVXM-A beltéri

egységek kombinacidjanal a teljes folyékony hit6kézegesd hosszanak <30 méternek

KELL lenni.

CVXM-A9, FVXM-A9 esetében nincs megkotés.

Kiiltéri-beltéri egység
szintkiilonbsége

Beltéri-beltéri egység
szintkllonbsége

A kiltéri egység <15m <7,5m
magasabban van, mint a

beltéri egység

A kiltéri egység <7,5m <15m

alacsonyabban van, mint
a beltéri egység

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
R32 Split sorozat
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7.2 A h(t8kozegcsovek csatlakoztatasa

VIGYAZAT
= A szallitds soran R32 hiit6kozeggel toltott egységeken nem lehet helyszini

forrasztdst vagy hegesztést végezni.

= A h(t6rendszer beszerelése kdzben, amennyiben legaldbb egy csatlakoztatott
rész hit6kozeggel van feltoltve, az aldbbi koévetelményeket kell betartani:
lakdterekben tilos oldhato kotést létrehozni az R32 h(it6kozeg csatlakozasai
kozott, kivéve a beltéri egységet kdzvetlenil a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotést. A beltéri egységet kozvetlenll a cs6vezetékhez kapcsold,
helyszinen elkészitett kotés lehet oldhatd tipusu.

VIGYAZAT
Cs@szereléskor NE csatlakoztassa a ledgazd csoveket és a kiltéri egységet a beltéri

egység csatlakoztatasa nélkidl olyan meggondolassal, hogy a beltéri egységet majd
késébb kotik ra.

7.2.1 A h(it6kozegcsovek csatlakoztatdsa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa az aldbbiakat tartalmazza:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez
= H{t6kozegesovek szigetelése
= Ne feledje az aldbbiakhoz adott dtmutatdkat:
- Cs6hajlitas
- Cs6végek peremezése

- Elzardszelepek hasznalata

7.2.2 AhUt6kozegesovek dsszekotésével kapcsolatos biztonsagi el6irdsok

° INFORMACIO

l Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [ 7]

= "7.1 A hlit6kozegesovek el6készitése" [» 33]

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES
* Haszndlja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gdzszivargas elkerllése érdekében csak a perem belsejére vigyen fel hlitékozeg-
olajat. Hasznaljon R32-h6z vald h(itégépolajat (FWE8DA).

® NE hasznalja Ujra az idomokat.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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MEGJEGYZES
* NE hasznaljon dsvényi olajat a peremezett részen.
® NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritét az R32
egységhez. A szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

MEGJEGYZES
* Haszndlja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerllése érdekében csak a perem belsejére vigyen fel hiitékozeg-
olajat. Hasznaljon R32-h6z vald hiitégépolajat (Példa: FW68DA, SUNISO Oil).

® NE hasznadlja Ujra az idomokat.

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiit6kozegesovekkel kapcsolatos kdvetkezd korlatozasokat:

= Kerulje el a kijelolt hiit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegd) keveredését a
hltékozegkorbe.

* Csak az R32 anyagot haszndlja a h(it6kozeg hozzdaddasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomls),
amelyek kifejezetten az R32 Gzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul dsvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

= NE hagyja felugyelet nélkil a csoveket. Ha a beszerelést NEM 1 napon belil végzik
el, a csoveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett modon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

* Legyen nagyon dvatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon (lasd az aldbbi
abrat).

B a0 A &

X

Egység Uzembe helyezés Védelem madja
KUltéri egység >1 honap Lapitsa el a csovet
<1 hénap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtol figgetlendl csovet

®

MEGJEGYZES

NE nyissa ki a hiit6kozeg elzardszelepét a hlit6kozeg csoveinek ellenérzése el6tt. Ha
tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hlt6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

A

FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa el6tt a h(it6kozegesoveket készre kell szerelni. Ha a
hiitékozegesovek még NINCSENEK bekotve és az elzardszelep nyitva van, akkor a
kompresszor bekapcsoldsakor levegdt sziv a rendszer. Ez rendellenes nyomast hoz
|étre a hiit6korben, és a berendezés karosodasahoz, s6t sériléshez vezethet.
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MEGJEGYZES
Hidba van a szelep elzarva, a h(t6kozeg kozben lassan szivaroghat. NE hagyja az

egységet hosszu idén 4t leszerelt hollandi anyaval.

7.2.3 Utmutaté a h(it6kozegesovek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket a csovek csatlakoztatdsakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem belsé fellletét éR32
(FW68DA) hlit6kozegolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, mielétt szorosan
meghuzna.

— \
T
I
/

= A hollandi anydkat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell meglazitani.

= A csovek csatlakoztatdsakor a hollandi anydk meghtzasahoz MINDIG hasznaljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villdskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargds
megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
¢ Cs6csatlakozo
d Hollandi anya
Cséméret (mm) |Meghuzonyomaték| Perematmérék (A) | Perem rajza (mm)
(Nm) (mm)
@6,4 15~17 8,7~9,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
@12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 lIranyelvek a csdvek hajlitasaval kapcsolatban

A hajlitast csShajlitoval kell végezni. A csovekben [év6 hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lennitk (a hajlitédsi sugarnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).

7.2.5 A csévég peremezése

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés hlit6kozeg-szivargast okozhat.

®= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

1 Vagjale a cs6véget csévagoval.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a— | b

a Figyeljen a helyes szogre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csOvet. Pontosan a kdvetkezd dbran lathaté modon helyezze

el.
YA
A1
Peremez6 szerszam Hagyomanyos peremezd szerszam
R32 hiitokozeg esetén Befogés tipus Szarnyas anyas tipus
(befogds tipus) (Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm

5 Ellen6rizze, hogy a tokozas megfelel6-e.
a 4 b

a A perem belsé feliletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasdnak egyenletesnek, tokéletesen kor alakinak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

7.2.6 Csatlakozas a kultéri és a beltéri egységek kozott, szlkité elemmel

INFORMACIO

= Multi telepitésti DHW generatorok esetében hasznalja ugyanazt a szlkitét, mint a
20. osztélyu beltéri egységeknél.

i

= Multi telepités hibrid egységeknél a kézikonyv ismerteti a teljesitményosztalyt és
a megfelel§ szUkit6t.

A kiiltéri egységhez csatlakoztathato Osszes beltéri egység teljesitményosztalya:

Kiiltéri egység Osszes beltéri egység
teljesitményosztalya

2MXM68 <10,2 kW

3MXM40 <7,0 kW

3MXM52 <9,0 kW

3MXM6E8, AMXM68 <11,0 kW

AMXM80 <14,5 kW

5MXM90 <15,6 kW

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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. INFORMACIO
1 NEM lehetséges csak 1 beltéri egységet csatlakoztatni. Legaldbb 2 beltéri egységet
csatlakoztasson.

Port Osztaly sziikité

2MXM68

A (39,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® —

B (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ 2+4
42,50, 60 —

3MXM40

A (@9,5 mm) 15, 20, 25, 35 —

B +C(@12,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4

3MXM52

A (#9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ —

B+ C(@12,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
42,50 —

3MXM68

A ($9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)"® —

B+C(@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4
50, 60 —

AMXM68

A+ B (®9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ —

C+D(®12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® 2+4
42,50, 60 —

AMXMS80

A ($9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)"® —

B (¢12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)" 2+4
42,50, 60 —

C+D (@15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® 5+6
42,50, 60 1+3
71 —

5MXM90

A+B (¥9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® —

C(®12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® 2+4
42,50, 60 —

D+ E (15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ 5+6
42,50, 60 1+3
71 —

@ Csak FTXM42R, FTXMA42A,

FTXA42C csatlakoztatdsa esetén

SzerelGi referencia-Utmutato
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Sz(ikitd tipusa Csatlakozas

@15,9 mm = @12,7 mm
@12,7 mm > @#9,5 mm
@15,9 mm > @12,7 mm
@12,7 mm > @9,5 mm
@15,9 mm = @9,5 mm
@15,9 mm = @9,5 mm

LW N

Csatlakozasi példak:

= Egy §12,7 mm-es csé csatlakoztatdsa @15,9 mm gdzcsS csatlakozdjara

a b c d e
] L
;Q j&jﬁiﬂ —l — e’ m

( @12.7 mm

|

Kultéri egység csatlakozdja
1. sz. szUkit6

3. sz. sz(ikit6

©15,9 mm hollandi anya
Egységek kozotti csGvezeték

= Egy @9,5 mm-es csé csatlakoztatdsa @15,9 mm gazcss csatlakozdjara

® QO n T O

AN g d e
N3 F e,
LH V
@15.9 mm @9.5 mm
Kiltéri egység csatlakozoja
6. sz. sz(kit6
5. sz. szUkit6

@9,5 mm hollandi anya
Egységek kozotti csGvezeték

= Egy @9,5 mm-es cs8 csatlakoztatdsa @12,7 mm gézcsd csatlakozdjéra

o Qn T O

a e
1

PO =

D)

H O i e | B Q
@12.7 mm L @9.5 mm

Kultéri egység csatlakozoja
2. sz. szUkitd

4. sz. szUikit6

@12,7 mm hollandi anya
Egységek kozotti csGvezeték

MEGJEGYZES
A gézszivargas elkerilése érdekében vigyen fel R32 (FW68DA) hiit6kozeg-olajat:

* 39,5 mm —> ©15,9 mm a szikit6 6 (b) mindkét oldaldra és a perem bels§
feltletére.

D Qn TO

* 312,7mm - @15,9 mm vagy @9,5 mm > @12,7 mm a sz(kit6 1 vagy 2 (b)
mindkét oldalara.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 4 DAIKIN
R32 Split sorozat 41
4P766272-5C - 2025.05

Szerel6i referencia-Utmutato



7 | CsGszerelés

Hollandi anya (mm) Meghuzényomaték (Nm)
?9,5 33~39
®12,7 50~60
»15,9 6275

MEGJEGYZES
A menet és a hollandi anydk sériilésének megelézése érdekében a meghlzashoz

megfeleld kulcsot kell hasznalni. Ugyeljen ra, hogy NE huzza tul az anyat, ellenkezd
esetben a kisebb csé megsérilhet (a normal nyomaték 2/3~1 részét alkalmazza).

7.2.7 Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:
= Az elzardszelepek a gyari dllapotukban zarva vannak.

= A kovetkez6 abra a szelep kezeléséhez szikséges zardszelep-alkatrészeket
mutatja.

Szervizcsatlakozo és a szervizcsatlakozo fedele
Szelepszar

Helyszini vezetékek csatlakozasa

Szelepfedél

= Tartsa nyitva mindkét elzardszelepet az Gizemeltetés soran.

o n T O

= NE alkalmazzon tulzott erdt a szelepszaron. Ezzel eltorheti a szelep torzsét.

= MINDIG rogzitse a zardszelepet egy villaskulccsal, és ezutan lazitsa meg vagy
huzza meg a hollandi anyat egy nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a
szelepfedélre, mert ez a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatéan alacsony (amikor példaul hitést végez,
ha a kilsé levegé hémérséklete alacsony), megfelel6en zarja le a hollandi anyat a
gazcsovon évé elzardszelepen sziliciumtomitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

i

Sziliciumtoémités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzérészelep nyitasa/zarasa

1 Vegye le az elzdrdszelep-kupakot.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gdz oldal: 6 mm) a
szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az éramutato jarasaval ellentétes irdnyban a nyitdshoz
Az dramutato jarasaval megegyez6 iranyban a zarashoz

3 Haaz elzérdszelep tovabb NEM FORGATHATO, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep nyitva/zarva van.

A szelepfedél kezelése
= A szelepfedél a nyil ltal jelzett helyen van lezarva. NE rongdlja meg.

\

= Az elzardszelep kezelése utdn szorosan zdrja vissza az elzardszelep kupakjat és
ellendrizze, hogy a a h(it6kdzeg nem szivarog-e.

Szelepfedél Csavarfej szélessége (mm) Meghtizé nyomaték (N-m)
Folyadék oldal 19 18~20
Gaz oldal 22 21~28

A szervizfedél kezelése
= A tolt6tomls végén MINDIG legyen nyomobltydk, mert a szervizcsatlakozdnak
Schrader tipusu szelepe van.
= Az szervizcsatlakozd kezelése utdn szorosan zarja vissza a szeervizcsatlakozo
kupakjat és ellendrizze, hogy a a hlit6kdzeg nem szivarog-e.

Elem Meghtiz6 nyomaték (N-m)

Szervizcsatlakozo fedele 11~14

7.2.8 HUit6kozegesovek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez
= Cs6hossz. A helyszini csdvek hosszat a lehet§ legrovidebbre tervezze.
= Csovek védelme. A helyszini csdveket védje a fizikai sériilésektdl.

1 Csatlakoztassa a folyékony h(tékozeg csatlakozdsat a beltéri egységhdl a
kiltéri egység folyadékelzard szelepéhez.

® €]
@ -
[ a
- o c
I
I o |
Jof 1)
_/
a Folyadékelzard szelep
Gazelzardszelep
¢ Szervizcsatlakozd
2MXM-A8, 3BMXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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2 Csatlakoztassa a gdz h(it6kozeg csatlakozasat a beltéri egységbdl a kiltéri
egység gazelzard szelepéhez.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kultéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kabelcsatornaba

szerelni vagy ragasztdszalaggal bevonni.

7.3 A h(t6kozegcsovek ellendrzése

7.3.1 Ah(it6kozegcsovek ellendrzése

A kiltéri egység belsé hiltkozegcsdvein gyari tOmitettségvizsgalatot hajtottak
végre. Csak a kiltéri egység kiilsé hlit6kozegesoveit kell ellendrizni.

A hiit6kozegcsovek ellendrzése elott

Ellendrizze, hogy a hiit6kozegess csatlakozik-e a kiltéri és a beltéri egységhez.

Jellemz6 munkafolyamat

A h(tékozegesé ellenérzése jellemzben a kdvetkez6 szakaszokbol all:

1 Tomitettségvizsgdlat a hlit6kozegesdvekben.

2 Vakuumszaritds elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltdvolitasahoz a hlit6kozegesovekbdl.

Ha a hlit6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példdul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljarassal el kell tavolitani minden nedvességet.

7.3.2 A h(it6kozegcsovek ellen6rzésévek kapcsolatos biztonsagi el&irdsok

o INFORMACIO

l Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [» 7]

= "7.1 A h(it6kozegesovek elGkészitése" [» 33]

MEGJEGYZES

A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyl visszacsapo szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr abszolut) nyomasra tudjon légteleniteni. Ellenérizze, hogy a szivattydbdl az
olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu ledllasa alatt.

MEGJEGYZES
Ezt a vakuumszivattyut kizardlag az R32 h(t6kozeghez hasznalja. Ha ugyanazt a

szivattyut hasznalja a kilonb6z6 hitékozegekhez, az kdrosithatja a szivattyut és az
egységet.

MEGJEGYZES

= Csatlakoztassa a vakuumszivattyut a gazelzardészelep szervizcsatlakozéjahoz.

= A szivargasteszt vagy a vakuumszivattyUs szaritas elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy
a gazelzardszelep és a folyadék-elzardszelep is megfelelGen zarva van.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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7.3.3 Aszivargas ellen6rzése

MEGJEGYZES
NE lépje at az egység maximalis miikodési nyomasat (lasd: “PS High” az egység

adattablajan).

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

* A szappanos viz hatdsdra megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

* A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
cs6vezeték lehlilésekor megfagy.

= A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngdzzal legaldbb 200 kPa (2 bar) tulnyomasig.
Ajanlott 3000 kPa (30 bar) vagy nagyobb (a helyi szabalyozds szerint) nyomas
ala helyezni az apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason buboréktesztes
oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az 6sszes nitrogéngazt.

7.3.4 Vakuumszaritas elvégzése

!, VESZELY: ROBBANASVESZELY
Y
‘\‘_‘/‘ A vakuumszaritas befejezése elétt NE nyissa meg a szelepeket.
A vakuumszivattyut és a gy(jt6csovet a kovetkez6képpen csatlakoztassa
egymashoz:
1
g:%%/d

Nyomasmeérd
Nyomasmeéré cseldgazdja
Kisnyomasu szelep (Lo)
Nagynyomasu szelep (Hi)
Tolt6csovek
Vakuumszivattyu
Szervizcsatlakozo
Szelepkupakok
Gazelzardszelep
Folyadékelzard szelep

— = T -~ QN T O

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas -0,1 MPa-t
(=1 bar) nem jeldl.

2 Hagyjaigy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a rendszerben. Az
eljards kész.

Novekszik Nedvesség van a rendszerben. Lépjen
a kovetkezd |épésre.

Uritse ki a rendszert legaldbb 2 6réra -0,1 MPa (-1 bar) vdkuumnyomdsra.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellendrizze a nyomdst legaldbb 1 6ran
keresztal.

5 Ha NEM éri el a célvdkuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a vakuumot 1 6ran
keresztil, tegye a kdvetkez8ket:

» Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
* Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyUs szaritast.

MEGJEGYZES
A csGszerelés és a vakuumszaritds elvégzése utan ne feledje kinyitni az

elzérdszelepeket. Ha a rendszert elzart szelepekkel miikodtetik, akkor meghibdsodhat
a kompresszor.

INFORMACIO

Az elzardszelep megnyitdsa utan el6fordulhat, hogy a h(t6kozegecsovekben NEM
emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példaul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart dllapota, de ez NEM gétolja az egység megfelel6 miikodését.

i @
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8 Hlt8kozeg feltodltése

Ebben a fejezetben
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83 A hlit6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elSirasok 49
8.4 Az utdntoltott hiit6kozeg-mennyiség meghatérozasa 49
8.5 A teljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség meghatarozdsa 50
8.6 A hiit6kozeg-utantoltése 50
8.7 A fluortartalmu, Gveghazhatast okozd gazokra vontakozo cimke felragasztasa 50
8.8 CsGcsatlakozasok szivargasellendrzése a hiit6kozeg betOItESe ULAN .......oviiiiiiiicccec s 51

8.1 HUtbkozeg feltoltéserdl

A kultéri egység gyarilag fel lett toltve h(it6kozeggel, de egyes esetekben az
aldbbiak elvégzésére lehet szikség:

Mit Mikor
Hlt6kozeg-utantoltés Ha a folyadékcsovek teljes hossza
meghaladja a megadott értéket (lasd
alabb).
Teljes h(it6kozeg-feltoltés Példa:
= Arendszer dthelyezésekor.
= Szivargds utan.

H(itokozeg-utantoltés

A hit6kozeg utantoltése elStt ellendrizze a kultéri egység kiilsé hlit6kozegesovét
(tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).

o INFORMACIO
l Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési kortlményektdl fuggden szikség lehet az

elektromos huzalok bekotésére a h(it6kozeg betoltése el6tt.

Tipikus munkamenet — A h(t6kozeg-utantoltés jellemzéen a kovetkezd
szakaszokbol all:

1 Annak meghatarozdsa, hogy mennyi utdntoltés szikséges.

2 Szlkség esetén a h(it6kdzeg utantoltése.

3 Az Gveghdzhatdst okoz6 gazokra vonatkozo cimke kitoltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

Teljes hiit6kozeg-feltoltés

A hit6kozeg teljes feltoltése eldtt végezze el a kdvetkezbket:

1 Nyerjen vissza minden h(it6kozeget a rendszerbdl.

2 Aklltéri egység kiilsé hiit6kozegesovét (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas)
ellendrizte.

3 Akulltéri egység belsé hiit6kozegecsovén elvégezték a vakuumszaritast.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5SMXM-A8
R32 Split sorozat
4P766272-5C - 2025.05
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8 | Hltbkozeg feltoltése

MEGJEGYZES
A teljes Ujratoltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyls szaritast a kiltéri egység

belsé hiit6kozegesovein is.

Tipikus munkamenet — A teljes h(t6kozeg-feltdltés jellemz&en a kdvetkezd
szakaszokbol all:

1 Annak meghatdrozdsa, hogy mennyi h(it6kdzeg betoltése szikséges.
2 H(it6kozeg feltoltése.

3 Az Gveghdzhatdst okozd gdzokra vonatkozo cimke kitoltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

8.2 A h(t6kozegrol

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globdlis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabdlyoktdl flggben rendszeres ellenérzések lehetnek
szlkségesek a hiit6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacidért forduljon
a beszerelGjéhez.

Az egység belsejében keringd hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

C AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altaldban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hitékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy flit6észallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM
A mechanikai sérilések elkertlése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell

tarolni, ahol nem mukaédik allandd gyudjtoforras (pl.: nyilt 1dng, miikods gazkészilék
vagy elektromos f(it6berendezés). A helyiség méreteit az Altaldnos biztonsagi
el6irasok fejezetben foglaltak hatarozzak meg.

FIGYELEM

= TILOS étlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

>

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitdshoz kizarélag a gyarto
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

FIGYELEM
Az esetleg szivargd hiit6kozeg SOHA ne érjen a bérhoz. Ellenkezé esetben sulyos

fagyasi sérilés keletkezhet.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
8 R32 Split sorozat
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8 | Hlt6kozeg feltoltése

®

MEGJEGYZES

A fluortartalmu, iiveghazhatast okozo gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az
egység hiitékozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékozeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

8.3 A h(tékozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi el6irasok

i

INFORMACIO
Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi fejezeteben is:
= "2 Altaldnos biztonségi elSirasok” [» 7]

= "7.1 A hlit6kozegcsovek elbkészitése" [» 33]

8.4 Az utantoltott hltbkozeg-mennyiség meghatarozasa

Ha az 6sszes folyadékcs6 Akkor...
hossza...
<30m NE adjon hozzd tovabbi hit6kozeget.
>30m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m)—-30 m)x0,020

R=tovabbi toltés (kg) (0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

i @

INFORMACIO
SOHA ne lépje tul a megengedett maximalis h(it6kozeg-mennyiséget.

Példa: 5MXM90 esetében 80 m teljes folyadékcsd-hosszisag esetén a "E  8-1
Megengedett legnagyobb hiit6kdzeg-mennyiség" [» 49] tablazat szerinti maximalis
megengedett mennyiséget kell hasznalni.

i @

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsovek egyiranyu hossza.

i @

INFORMACIO

H(t6kozeg utantoltése NEM engedélyezett 3MXMA40 vagy 3MXM52 kiltéri egységek
és CVXM-A és/vagy FVXM-A beltéri egységek kombinaciojanal. A teljes cs6hossznak
<30 méternek KELL lenni.

CVXM-A9, FVXM-A9 esetében nincs megkotés

B 8-1 Megengedett legnagyobb hiitékdzeg-mennyiség

Megengedett legnagyobb hiit6kozeg-mennyiség

3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4AMXM68 2,6 kg
AMXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg
;g/\;é\:l)ﬁiﬁgﬂ)a(l\/lfAS, AMXM-A8, 5MXM-A8 |4 DAIKIN Szerel6i referencia—UtmuZ;
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8.5 A teljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség meghatarozasa

. INFORMACIO

l Amennyiben teljes feltoltés szikséges, a hiit6kozeg teljes mennyisége a kovetkezd: a
gyari hiit6kozeg-mennyiség (ldsd az egység adattabldjat) + a meghatarozott tovabbi
mennyiség.

8.6 A h(tékozeg-utantoltése

FIGYELEM

= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet
okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Gveghazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hlitékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(it és véddszemiveget.

MEGJEGYZES
A kompresszor meghibasoddsanak elkerilése érdekében NE toltson be tébb

hiit6kozeget megadott mennyiségnél.

El6feltétel: A hit6kozeg betdltése elbtt ellendrizze, hogy a h(it6kdzegesd
csatlakozik, és elvégezte az ellenGrizést (tomitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a ht6kozeghengert a szervizcsatlakozdhoz.
2 Toltse be a tovabbi hlitékdzeg-mennyiséget.
3 Nyissa ki a gdzelzardszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy athelyezése miatt szivattyuzas
szlkséges, tovabbi informaciokért 1asd: "16.2 Leszivattyuzas" [» 76].

8.7 A fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokra vontakozé cimke
felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az aldbbiak szerint:

M’ Contains fluori gases a

[Toe S —

————— GWP: XXX

e[ e

N
GWP GWP xkg _|

Hoo0 !COZeq —€e

a Ha afluortartalmu, Gveghazhatast okozo gazokra vonatkozo tobbnyelvi cimkét is

mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel6 nyelvl cimkét,
és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiit6kozeg-toltetet: 1asd az egység adattablajat
¢ H(t6kozeg-utantoltési mennyiség
d Teljes hlit6kozeg-mennyiség
e Ateljes h(it6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna
CO,-ban kifejezve.
f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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MEGJEGYZES
A fluortartalmd, tveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabdlyok szerint az

egységbe toltétt hiit6kdzeget tomeg és CO, kibocsatds egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A h(t6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és folyadékelzarod szelepek
kdzelébe.

8.8 CsOcsatlakozasok szivargasellendrzése a h(itékozeg betdltése utan

Beltéri hiit6k6zegcs6-csatlakozasok tomitettségvizsgalata
1 Llegaldbb 5 g h(it6kozeg/év érzékenységl szivargasellenbrzési eljarast
hasznaljon. A szivargasellenérzés a maximalis Gzemi nyomas legaldbb 0,25-
szOros értékét hasznadlja (Iasd a "PS High" értéket az egység adattablajan).
Ha szivargast észlel

1 Gydijtse vissza a h(t6kozeget, javitsa meg a csatlakozdt és ismételje meg a
tesztet.

2 Végezze el a szivargasellenérzéseket, lasd: "7.3.3 A szivargas
ellendrzése" [» 45].

Toltse fel a hlit6kozeget.

Ellendrizze a hiit6kozeg szivargasat a feltodltés utdn (lasd fenn).

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
R32 Split sorozat 5 1
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9 | Elektromos bekotések

9 Elektromos bekotések

Ebben a fejezetben

9.1

9.2

Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsanak DEMULATASA ......c.cvvciiiiiiiii e 52
9.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi el&irdsok 52
9.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo irANYEIVEK .........c.oiiiiiiiiicece e 54
9.1.3 A szabvéanyos elektromos alkatrészek ParamETterei ........o.ociiiiiiiieiieeeeee e 55
Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa @ KUltEri @8YSEENEZ ...c.viiiriiiiiieicce s 56

9.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa és ellendrzése megtortént.

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa jellemzéen a kdvetkez§ 1épésekbdl all:

1

o LB w N

7
8
9

Annak ellen6rzése, hogy a tdpelldtdsi rendszer megfelel-e a hdszivattyd
elektromos jellemz&inek.

Az elektromos huzalozdas csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa a beltéri egységhez.
A beltéri egység tapellatadsanak csatlakoztatdsa.

A gazkazan tdpellatasanak csatlakoztatasa.

A gazkazant és a beltéri egységet 0sszekotd kommunikacios kabel
csatlakoztatasa.

A felhasznaldi felllet csatlakoztatasa.
Az elzarodszelepek csatlakoztatasa.
A hasznalatimelegviz-szivattyl csatlakoztatasa.

10 Ariasztas kimenetének csatlakoztatasa.
11 A térflités BE/KI kimenetének csatlakoztatdsa.
12 A biztonsdgi termosztdt csatlakoztatasa.

9.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi elGirdsok

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az 6sszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is beleértve) a tapellatasrol kapja a
feszlltséget. Csupasz kézzel NE érintse meg.

> B

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozé orszédgos szabalyozasoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

INFORMACIO

Olvassa el az el6irdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [r 7] fejezetben.

i @

INFORMACIO

Ldsd még: "9.1.3 A szabvdnyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 55].

FIGYELEM
® Ha a tapellatasban hidnyzd vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhet6, hogy a

berendezés nem fog mikddni.

i @

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a sziikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles feluletekkel vagy a csdvekkel, kuléndsen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mUanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakitd kapcsoldt, és hagyjon legaldbb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit Ill-as kategoriaju
tulfesziltség esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtéra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramitést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM
= NE hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken belil.

®= NE valassza le az elvezetGszivattyu stb. tapellatasat a csatlakozoblokkrél. Ez
dramitést vagy tlzet okozhat.

FIGYELEM

Az 6sszekotSkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrésodhatnak.

> B BB P

2MXM-A8, 3BMXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
R32 Split sorozat 53
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9.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozo iranyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték haszndlata javasolt. Sodrott vezeték haszndlata esetén

finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja O0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozdsarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez

1. modszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

=
4

2. mddszer: Karika alaku csatlakozé hasznalata (ajanlott)

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozdt a
megfelel§ eszkozzel.

VAN

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 modszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés médja
Egyeres vezeték ‘|"|°
= AA’
va ' .
gy ta__l@|—ad o
"Tomorre" csavart végl |
sodort vezeték LI, a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

| 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5MXM-A8
54 R32 Split sorozat
4P766272-5C —2025.05

SzerelGi referencia-Utmutato



9 | Elektromos bekotések

Vezeték tipusa A felszerelés médja
Sodort vezeték kerek cb a be
csatlakozdsaruval B ‘ g: JJ

v X

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett
Meghuzasi nyomatékok

Elem Meghuzényomaték (Nm)

M4 (X1M) 1,2
M4 (foldelés)

= A feszllségcsokkentd és a csatlakozd kozott a foldelSvezetéknek hosszabbnak
kell lenni a tobbi vezetéknél.

@

9.1.3 Aszabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Tapfesziltség

Feszlltség 220~240V
Frekvencia 50 Hz
Fazis 1~
Aktualis 3MXM40:16,0 A

2MXM68:19,8 A
3MXM52:16,3 A
3MXM68:19,8 A
4MXM68:19,8 A
4MXM80:20,4 A
5MXM90:24,9 A

Alkatrészek
Tapkabel Az orszagos el6irdsokat be KELL tartani.
3 eres kabel
A vezetéket az dramer@sséghez kell méretezni, de
nem lehet kisebb, mint 2,5 mm?.
Osszekotdkabel Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld,
(beltéri¢>kultéri) harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettés

szigeteléssel.
4 eres kabel

Minimalis méret 1,5 mm?

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5SMXM-A8
R32 Split sorozat
4P766272-5C - 2025.05
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Alkatrészek

Javasolt aramkori 3MXM40:16,0 A

megszakitd 2MXM68, 3MXM52, 3MXM68, 4MXM68:20 A
AMXMS80, 5MXM90: 25 A

Foldzarlat-megszakito/ Az orszagos elbirdsokat be KELL tartani

Maradékarammal

mkodd megszakitod

Az elektromos berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el6irdsainak (eurdpai/
nemzetkozi mUszaki szabvany, amely meghatdrozza a hdztartasi kisfesziltségd
rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések
harmonikus dramkibocsatdsanak hatarértékeit.

9.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez

1 Vegye le a kapcsolédoboz fedelét (1 csavar).

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tulsdgosan lecsupaszitja, az aramutést vagy zarlatot okozhat

3 Kosse be a beltéri és a kiltéri egységek kozotti vezetékeket, figyelve a
csatlakozén a szamokra. Ugyeljen rd, hogy a csdveken és a vezetékeken
lathatd jeldlések egyezzenek.

4 Ugyeljen a megfelel helyiség vezetékeinek helyes csatlakoztatasra.

Helyiség csatlakoztatdja (A, B, C, D, E)*
Aramkori megszakitd

Maradékarammal m(ikodé eszkoz
Tapfesziltség-kabelek

Helyiség 6sszekotbvezetéke (A, B, C, D, E)*

Do T O

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
6 R32 Split sorozat
5 4P766272-5C - 2025.05
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*Modelltél figgden eltérbek lehetnek.
5 Acsatlakozodn a csavarokat hizza meg jél csillagcsavarhuzéval.

6 Finoman meghlzva ellenérizze, hogy a vezetékek nem viéltak le a
csatlakozorol.

7 A vezetékbilincset er6sen meg kell szoritani, hogy a vezetékekre ne hathasson
kilsé eréd.

A vezetéket a védélemez aljan taldlhatd nyildson vezesse el.

Ugyeljen rd, hogy az elektromos vezeték ne érintkezzen a gdzcsdvekkel.

G )

00000
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%

a Vezetékbilincs

10 Szerelje vissza a kapcsolédoboz fedelét és a szervizfedelet.

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5SMXM-A8 | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
R32 Split sorozat 57
4P766272-5C - 2025.05



10 | A klltéri egység felszerelésének befejezése

10 A kulteri egység felszerelésének befejezése

10.1 A kultéri egység felszerelésének befejezése

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfelelen foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az dramelldtas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a kapcsolddoboz fedelét.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a klltéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kdbelcsatorndba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

1 Szigetelje és rogzitse a hlit6kdzegesdveket és a kabeleket a kbvetkez6k szerint:

Gazcsé

Gazcsé szigetelés

Osszekotékabel

Helyszini huzalozasi irdnyelvek (ha megfeleld)
Folyadékecsé

Folyadékesé szigetelés

FedGszalag

| -~ n T O

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

10.2 A berendezés lezarasa

10.2.1 AkuUltéri egység lezardsa

1 Zarja be a kapcsolédoboz fedelét.

2 Csukja le a szervizfedelet.

MEGJEGYZES

A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE
|épje tul a 1,3 Nem értéket.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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11 | Konfigurélas

11 Konfiguralas

Ebben a fejezetben

11.1  Akészenléti energiatakarékos funkcio ismertetése

11.1.1 A készenléti dramtakarékossag funkcio bekapCsoldsa . .......cocviiiiiiciriiiiciiiiicce e
11.2  Azelsédleges helyiség funkcid

11.2.1  Azels6dleges helyiség funkcid beallitdsa .

11.3 Az "éjszakai csendes" Gzemmaodrol.......oovvevvvvvcnnenns

11.3.1 Az éjszakai csendes izemmad bekapcsolasa ....
114 FUtés MOd Zaroldsa. oo

11.4.1  F(tés mod zarolasa bekapcsolasa...

11.5  Hutés madd zarolasa

11.5.1  HUtés madd zéroldsa bekapcsoldsa

11.1 A készenléti energiatakarékos funkcio ismertetése

A készenléti energiatakarékos funkcié:
= Klkapcsolja be a kiltéri egység tdpellatasat és
= BEkapcsolja be a beltéri egység készenléti energiatakarékos Gzemmadjat.

A készenléti energiatakarékos funkcié az aldbbi egységek esetén mikodik.

' {o)

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, CTXA, CTXM,
CVXM

Ha masik beltéri egységet haszndl, a készenléti energiatakarékos csatlakozét be

KELL dugni.

Készenléti aramtakarékossag funkcio gyarilag ki van kapcsolva.

11.1.1 Akészenléti aramtakarékossag funkcid bekapcsoldsa

El6feltétel: A tapellatas fékapcsolodjat Kl KELL kapcsolni.
1 Vegye le a szervizfedelet.

2 Akészenléti energiatakarékossag szelektiv csatlakozé levalasztasa.

3 Kapcsolja be a tapfesziltséget.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
R32 Split sorozat
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11 | Konfiguralas

11.2 Az els6dleges helyiség funkcid

INFORMACIO

= Az elsédleges helyiség funkcio kezdeti beallitasat az egység tizembe helyezésekor
kell elvégezni. Kérdezze meg az ugyfelet, hogy melyik helyiségben tervezi
hasznalni ezt a funkcidt, és végezze el a szlikséges bedllitdsokat a telepités soran.

i

= Az els6dleges helyiség beallitas csak egy klimaberendezés beltéri egységéhez
haszndlhato és csak egy helyiséget lehet bedllitani.

Az elsédleges helyiségként kijeldlt szobdban a beltéri egység els6bbséget élvez az
alabbi helyzetekben:

= Az lizemmdd els6bbsége: Ha az els6dleges helyiség funkcidt bedllitotta egy
beltéri egységhez, minden mas beltéri egység készenléti modba Iép.

= Prioritas nagy teljesitményli izemmaddban: Ha az elsédleges helyiség funkcidra
bedllitott beltéri egység nagy teljesitménnyel m(ikodik, a tobbi beltéri egység
teljesitménye némileg csokken.

= A csendes lizemmadd els6bbsége: Ha az elsédleges helyiség funkcidra bedllitott
beltéri egység csendes Gzemmaddban mikaodik, a kiltéri egység is csendesen fog
Gzemelni.

Kérdezze meg az Ugyfelet, hogy melyik helyiségben tervezi hasznalni ezt a funkcidt,
és végezze el a szikséges bedllitasokat a telepités soran. Kényelmes példaul a
bedllitds hasznalata a vendégszobdkban.

11.2.1 Azels6dleges helyiség funkcio bedllitasa

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsolofedelét.

2 Kapcsolja BE annak a beltéri egységnek a kapcsoldjat (SW4), amelyen szeretné
aktivalni az elsédleges helyiség funkciot.

i

3 Allitsa vissza a teljesitményt.

11.3 Az "éjszakai csendes" Uzemmodrol

Az éjszakai csendes Uzemmodd funkcid az éjszakai orakban csokkenti a kiltéri
egység miikodési zajat. Ez az egység hltbteljesitményét is csokkenti. Magyarazza el
a vasarlonak, hogy mi is az az éjszakai csendes Gzemmad és kérje a megerdsitését a
hasznalathoz.

11.3.1 Az éjszakai csendes Uzemmadd bekapcsoldsa

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsolofedelét.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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11 | Konfiguralas
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2 Kapcsolja BE az éjszakai csendes izemmad kapcsolot (SW6-1).

11.4 F(ités mod zarolasa
A flités lzemmodd zar az egységet flités Uzemmaoddban tartja.
11.4.1 F(tés mod zaroldsa bekapcsoldsa

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsoléfedelét.

2 Kapcsolja BE a f(ités mdd zaroldsa kapcsoldt (SW5-1).

vij”

11.5 HU{tés mod zarolasa

A h(ités Gzemmodd zar az egységet hités Uzemmodban tartja. Kényszerlizem is
hasznalhatd hiités modban.

A csatlakozok és a labak muszaki jellemz&i: ST termékek, VHR-5N csatlakozo,
SVH-21T-1,1 Iab

Ha h(tés mod zérolasat hasznalja hibrid vagy multi rendszerben, ezeket az
egységeket NEM fogja Gzemeltetni a hészivattyu.

11.5.1 Hdtés moéd zaroldsa bekapcsoldsa

1 Zarjarovidre az S15 csatlakozé 3-as és 5-0s |abat.
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12 | Belzemelés

12 Belzemelés

®

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési
utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitasokat
egésziti ki, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatd a
belzemelés és a felhaszndlonak valé dtadds soran.

Ebben a fejezetben

12.1 Attekintés:

12.1  Attekintés: Betizemelés 63
12.2  Biztonsagi el6irasok a belizemeléskor 63
12.3  Ellendrzélista belizemelés el6tt 64
12.4  Ellendrzélista betizemelés kozben 65
12.5  Proébatizem és teszt 65
12.5.1  Ahuzalozas hibaellendrzésének ismertetése 65

12.5.2  Probalzem végrehajtasa 66

67

12.6  Akultéri egység beinditasa

Belizemelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probalizemérdl a beszerelést kovetden.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1 A'"Belzemelés el6tti ellenérzdlista" ellendrzése.
2 Arendszer prébalizemének végrehajtasa.

12.2 Biztonsagi el6irasok a belizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

A Dbeltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mlkodnek. A probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> BB P

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sérilést okozhat.
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12 | Belizemelés

MEGJEGYZES
Ugyeljen ré, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés

el6tt 6 éraval tapfesziltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

MEGJEGYZES
Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal

egylutt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

A prébalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.
Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység elbkészitése (kiuls6 csdvek, elektromos
bekotések elvégzése, légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.

12.3 Ellendrzélista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellendrizze az aldbb felsoroltakat.
2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

(] A beltéri egység megfelel§en fel van szerelve.

(] A kiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

(] A rendszert megfelel&en foldelték, és a foldcsatlakozdk meg vannak szoritva.

(] A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattablajan feltintetett feszlltséggel.

(] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

(] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek a kiltéri és beltéri egységben.

(] NINCS hiitékozeg-szivargas.

(] A hiit6kozegcsovek (gaz és folyadék) hészigetelve vannak.

(] A megfelel§ cs6méret lett beszerelve, és a csovek megfelel6en szigetelve vannak.

(] Az elzardszelepek (gdz és folyadék) a kiltéri egységen teljesen nyitva vannak.

(] Vizelvezetés
Ugyeljen ré, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz elfolyésa.

Lehetséges kévetkezmény: A kondenzviz csépoghet.

(] A beltéri egység jelet kap a felhaszndloi kezelé6feliiletrdl.

(] Az egységek kozotti huzalozdshoz 6sszekotSkabelt hasznalt.

(] A biztositékok, aramkéri megszakitok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készilékek a jelen
dokumentumnak megfelel6en lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

(] Ellendrizze, hogy egyeznek-e a jeldlések ("A"~"E" helyiség) az egyes beltéri egységek
vezetékein és csovein.

(] Ellendrizze, hogy 2 vagy tobb helyiség van elsédleges helyiségként megadva. Ne feledje,
hogy a DHW generator multi médban vagy a Hibrid multi médban nem valaszthato ki
elsédleges helyiségként.
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12.4 Ellen6rzélista betizemelés kozben

(] Vezetékek ellenérzése.

(] Légtelenités végrehajtasa.

(] Prébalizem végrehajtasa.

12.5 Probalizem és teszt

Hibrid és multi rendszer esetében a funkcid haszndlata bizonyos dvintézkedéseket
igényel. Tovabbi informdacidkat a beltéri egység szerelési kézikonyvében vagy a
referencia Utmutato a beszereléshez és a haszndlathoz kiadvanyban talal.

(] A probalizem inditasa el6tt, mérje meg a feszlltséget a biztonsagi megszakitoé halozati
oldalan.

[] Ellendrizze, hogy a csovek és vezetékek bekotése helyes-e.

(] Az elzardszelepek (gaz és folyadék) a kiltéri egységen teljesen nyitva vannak.

A multi rendszer inicializélasa tobb percet vehet igénybe, a beltéri egységek és a
hasznalt opcidk szamatol fuggden.

12.5.1 A huzalozds hibaellen6rzésének ismertetése

A huzalozasi hibaellenérzés funkcié ellendrzi és automatikusan korrigélja a
huzalozdsi hibdkat. Ez a funkcié hasznos a kézvetlenil NEM ELLENORIZHETO
bekotési hibak, példaul féldalatti kabelezés ellendrzésére.

Ez a funkcid NEM haszndlhatd biztonsagi megszakitd leoldasat kovetd 3 percen
belll, vagy ja a kilsé leveghémérséklet <5°C.

Vezetékek hibaellendrzése

INFORMACIO

[ ]

l = Csak akkor kell a vezetékek hibaellendrzését elvégeznie, ha nem biztos abban,
hogy az elektromos vezetékek és cs6évezetékek megfeleléen vannak
csatlakoztatva.

* Ha elvégzi a vezetékek hibaellendrzését, a tobbfunkcids beltéri egységhez készilt
hibrid az ezt kovetd 72 éran belll nem tzemeltethetd hészivattyuval. Ez id6 alatt
a gazkazan mukodteti a hibrid tzemmaodot.

1 Vegye le a PCB kapcsoldfedelet.

L]
L]

H (8] (A (BAEAE
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2 Nyomja meg a roviden a "huzalozasi hibaellendrzés" (SW3) kapcsolot a kiltéri
egység PCB szervizpaneljén.

Eredmény: Az szervizellen8rz6 LED-ek mutatjak, hogy a korrekcio lehetséges-e
vagy sem. A LED kijelz6kkel kapcsolatos részleteket 1dsd a szerelési
kézikdnyvben.

Eredmény: A huzalozdsi hiba 15-20 perc mulva helyre lesz hozva. Ha az
automatikus korrekcid nem lehetséges, a szokdsos modon kell ellendrizni a beltéri
egység huzalozasat és a csoveket.

. INFORMACIO
l * A megjelenitett LED-ek szama a helyiségek szamatdl flgg.

* A huzalozasi hibaellendrzés funkcio NEM mUikodik, ha a kiilsé hémeérséklet <5°C.

* A huzalozési hibaellen6rzés utan a LED-jelzések megmaradnak, amig a normal
Uzem el nem kezdd&dik.

= Végezze el a hibakeresést. A termék hibadiagnosztikdjanak részletes Utmutatasat
a szerelési kézikonyvben taldlja.

LED-ek allapota:

= Minden LED villog: automatikus korrekcié nem lehetséges.
= LED-ek felvaltva villognak: az automatikus korrekcié megtortént.

= Egy vagy tobb LED folyamatosan vilagit: rendellenes ledllas (kdvesse a jobb oldali
tablan szerepld diagnosztikai eljardsokat és a szerelési kézikbnyvet).

12.5.2 Prdbalizem végrehajtdsa

INFORMACIO

°
l Ha az egység belizemelés kozben hibat jelez, olvassa el a szerelési kézikonyvben

talalhato részletes hibajavitasi Utmutatot.

El6feltétel: A tapelldtasnak a megadott tartomanyba KELL esni.
El6feltétel: A probalizem elvégezhetd h(ités vagy flités Gzemmadban.

El6feltétel: A probalizemet a beltéri egység szerelési kézikonyvének megfelelGen
kell elvégezni annak biztositdsahoz, hogy az Osszes funkcié és rész megfelel6en
makodjon.

1 Hdtés Gzemmoddban vdlassza ki a legalacsonyabb programozhaté

hémérsékletet. Fltés Gzemmaodban vélassza ki a legmagasabb programozhaté
h&mérsékletet.

2 Miutan 20 percen at futtatta az egységet, mérje meg a beltéri egység ki- és
bemenetén a hémérsékletet. A kilonbségnek 8°C-nal (h(tés) vagy 20°C-nal
(flités) nagyobbnak kell lenni.

3 El6szor egyesével ellendrizze az egységek mUikodését, majd ellenbrizze az
Osszes beltéri egység egyidejd mikodését. Ellendrizze a flitést és a h(itést is.

4 A probalzem befejezése utdn allitsa a hémérsékletet normal szintre. HUtés
modban: 26~28°C, f(ités mdédban: 20~24°C.

SzerelGi referencia-Utmutato
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12 | Belizemelés

INFORMACIO

= Szikség esetén a prébatizem kikapcsolhato.

i @

® Ha a berendezés Kl van kapcsolva, kortlbelil 3 percig nem indithato ujra.

* Ha fltés mddban probalzemelést indit kozvetlentl a biztonsagi megszakitd
leoldasat kovetben, akkor bizonyos esetekben az egység korilbelll 15 percig nem
fuj ki levegbt az egység védelme érdekében.

= A prébalzem koézben csak a klimaberendezést miikodtesse. A probalizem sordn
ne mUikddtesse a hibrid, multi vagy DHW generator egységet.

H(ités kozben jég rakodhat a gazelzardszelepre vagy egyéb alkatrészekre. Ez nem
jelent hibas mikodést.

. INFORMACIO
l ® Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is aramot vesz fel.

* Ha dramsziinet utan visszaall az dramelldtas, az el6zdleg kivalasztott Gzemmaod
folytatodik.

12.6 A kulltéri egység beinditasa

A rendszer konfiguraldsdhoz és belzemeléséhez lasd a beltéri egység szerelési
kézikbnyvét.
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13 Atadas a felhasznalénak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gybz&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en Uzemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma meriil fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

= [smertesse a felhasznaléval a felhasznaldi referencia Utmutatéban taldlhatd
energiatakarékossagi tippeket.
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14 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES

Altalanos karbantartési/vizsgalati ellendrzdlista. Az ebben a fejezetben szerepld
karbantartasi utasitdsok mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista is
elérhet6 a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek a haszndlata hitelesitést
igényel).

Az dltalanos karbantartési/vizsgalati ellenérzélista az ebben a fejezetben szerepld
utasitasok kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartds soran.

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozo szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlt6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékli tonnaban: h(it6kdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
Szlintesse meg a tapelldtast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés

megkezdése el6tt mérje meg a feszlltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A kivezetések pontos
helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.
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AL1, AL2 - szolenoidszelep huzalkivezetés csatlakozé*

S20~24 - elektronikus szabalyozodszelep huzalkivezetés (A, B, C, D, E helyiség)*
S40 — hévédelmi relé huzalkivezetés és tulnyomads-kapcsold csatlakozdja*
Multiméter (DC feszultségtartomany)

S90~93 — termisztor huzalkivezetés csatlakozdja

S70 - ventildtormotor huzalkivezetés csatlakozoja

S80 4 utas szelep huzalcsatlakozéja

Kompresszor huzalkivezetés csatlakozoja

S0 -~n® QO n T O

*Modelltél figgden eltéréek lehetnek.
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14.1 Attekintés: karbantartas és szerelés

Ez a fejezet a kovetkez6krél tartalmaz informaciokat:
= Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra vonatkozdan
= A kultéri egység éves karbantartdsa

14.2 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozéan

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
= Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat elkezdi, MINDIG ellendrizze, hogy

az aramforraspanelen a haldzati megszakitd le van-e kapcsolva, tavolitsa el a
biztositékokat, vagy kapcsolja vissza az egység véd&berendezéseit.

= Az elektromos alkatrészekhez az dramtalanitds utdn még 10 percig NE érjen
hozzd, mert azok nagyfesziltséget adhatnak le.

= Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei felforrésodhatnak.
= Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezet6 részeket.

= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosnil Ez dramiitést vagy tiizet okozhat.

@ MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése

érdekében.

14.3 A kulltéri egység éves karbantartasanak ellendrzélistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:

= Hcseréld
A kiltéri egység hécserélbje por, szennyezddés, levelek stb. miatt eldugulhat.
Ajanlott a hécserél§ évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomdashoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

14.4 A kompresszorrol

A kompresszor szervizelésekor tartsa szem el6tt az aldbbi dvintézkedéseket:

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Ezt a kompresszort csak foldelt rendszerben szabad hasznalni.

= A kompresszor szervizelése el6tt kapcsolja ki az dramellatast.

= Szervizelés utan szerelje vissza a kapcsolddoboz fedelét és szervizfedelet.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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VIGYAZAT

MINDIG viseljen véd&szemveget és védbkeszty(it.

>

VESZELY: ROBBANASVESZELY

[ ¢ = = A kompresszor eltavolitdsahoz hasznaljon csévagot.

2N
D

* NE hasznaljon keményforrasztoé pisztolyt.

= Csak jovahagyott hiit6kozegeket és kenGanyagokat hasznaljon.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.

>
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15 Hibaelharitas

15.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni probléma esetén.
Az aldbbi teend6krél kap tajékoztatast:

= problémak megolddsa tiinetek alapjan

= hibaelharitas a hibajelzé LED lampak alapjan

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

Az észlelt jelenségek alapjan informacidkat ad a problémak megoldasahoz.

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult
csatlakozasokat vagy sériilt kabeleket.

15.2 Biztonsagi elGirasok hibaelharitas esetén

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsoldédobozdt, MINDIG ellendrizze, hogy az

egység le van vélasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

" Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathato el kulls6 kapcsoldeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a koézm( rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

15.3 Problémak megoldasa tiinetek alapjan

15.3.1 Jelenség: A beltéri egységek leesnek, rezondlnak vagy zajt okoznak

Lehetséges okok Teendé
A beltéri egységek NINCSENEK stabilan | A beltéri egységeket stabilan szerelje
felszerelve. be.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, 5MXM-A8

72

R32 Split sorozat
4P766272-5C - 2025.05



15 | Hibaelharitas

15.3.2 Jelenség: Az egység NEM f(it vagy hit kielégitGen

Lehetséges okok

Teend6

Elektromos huzalozas hibas bekotése.

Megfelel6en kdsse be az elektromos
huzalokat.

Gdazszivargas.

Ellendrizze a gazszivargast.

A huzalokon és a csGvezetéken lévd
jelolések NEM egyeznek.

A huzalokon és a csévezetékeken
taldlhato jeloléseknek ("A" helyiség, "B"
helyiség, "C" helyiség, "D" helyiség, "E"
helyiség) egyezni KELL az egyes beltéri
egységeknél.

15.3.3 Jelenség: Vizszivargas

Lehetséges okok

Teendé6

A hészigetelés (gdz- és folyadékcsovek,
a kondenzviztomld hosszabbitasanak
beltéri szakaszai) hianyos.

Boritsa be teljesen h@szigeteléssel a
csoveket és a kondenzviztomlét.

Hibas a kondenzviz elvezetése.

Ellendrizze az elvezetést.

15.3.4 Jelenség: Elektromos zarlat

Lehetséges okok

Teendd6

Az egység NINCS megfelel6en foldelve.

Ellendrizze és javitsa ki a foldel6vezeték
csatlakozasat.

15.3.5 Jelenség: Az elsédleges helyiség beallitas funkcid NEM mkddik

Lehetséges okok

Teendé6

Lehet, hogy 1-nél tobb helyiség
megadva elsddleges helyiségként.

Csak 1 helyiséget lehet kivalasztani
elsédleges helyiségként.

Hibrid vagy multi egység NEM
valaszthato elsédleges helyiségnek.

Valasszon masik beltéri egységet az
elsédleges helyiség bedllitasahoz.

DHW (hasznalati melegviz) elGallitd vagy
multi egység nem valaszthato
elsédleges helyiségnek.

Kérjik, egy klimaberendezést valasszon
ki elsédleges helyiségnek.

15.3.6 Jelenség: Az egység NEM mUikodik megfelel6en vagy égéses meghibdsodas tortént

Lehetséges okok

Teend6

A huzalozast NEM az el6irdsok szerint
végezték.

Javitsa ki a huzalozasi hibakat.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8 4 DAIKIN
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15.4 Hibaelharitas a hibajelz6 LED lampak alapjan
15.4.1 Hibadiagnosztika a kiltéri egység PCB paneljén taldlhatd LED hasznalataval

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
" Ha az egység NEM Uzemel, a PCB panelen a LED-ek kikapcsolnak

energiatakarékossagi céllal.

= A csatlakozoblokk és a PCB akkor is dram alatt lehet, ha a LED-ek nem vilagitanak.

Jeldlés A LED...

L BE

o Kl

{i Villog

Piros LED" Diagnosztika

1 12 |3 |4 |5

® ®© & & & Normal
= Ellendrizze a beltéri egységet.

e |3t |e Nagynyomasu véddberendezés kapcsolt be, vagy az
egység jégmentesitése zajlik, vagy készenléti mddban van.

{t @ |1t @ |@ |Mikddésbe |épett a tuldramrelé, vagy magas a kilép&csé-
hémérséklet."”

[ ] {? {? ® @ Hibds kompresszorindulas.

([ ] {? [ {} @® Bemenetitdlaram.

{? {? ® @ |@® Termisztor-vagy transzformatorhiba.®

{} {? [ ] {} @® |Magas hémérséklet a kapcsolddobozban.

e o o {t} @® | Tul magas hémérséklet az inverter aramkor hlitébordajan.

® @ {f ® @ Bemenetituldram.”

® O |If Ll @ |Hiutskdzeghiany.®

{r e @ @ Alacsony tapfesziltség vagy tulfesziltség a f6 aramkorben.

{t} ® O @ O Atviltdszolenoid szelep kapcsoldsi hiba vagy
tulnyomaskapcsol hiba.®

{t} {? {? ® O Kiltériegység PCB-panel hibas.

{? {? {t} {? @® | Ventildtormotor hiba.

® i ® @ @ |Huzlozisihiba
= EllenGrizze a vezetékcsatlakozasokat.

Z6ld LED-A Diagnosztika

{K Normal.

= Ellendrizze a beltéri egységet.

Lt Kapcsolja KI, majd kapcsolja BE az dramellatast, és
ellendrizze a LED ég6t 3 percen belll. Ha a LED Ujra
BEKAPCSOL, a klltéri egységen hibas a PCB panel.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
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Jelolés

A LED...

A tapellatas kimaradasa.®

@ A megjelenitett LED-ek szdma a helyiségek szamatdl fiigg.

®' A diagndzisok nem minden esetben érvényesek. A tovabbi részleteket a szerelési

kézikdnyvben talal.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5SMXM-A8
R32 Split sorozat
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16 Hulladékba helyezés

16.1 Attekintés:

16.2 Leszivattyu

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Hulladékba helyezés

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemz&en a kbvetkez§ szakaszokbdl all:
1 Rendszer leszivattyuzasa.
2 Arendszer elszdllitdsa erre szakosodott Gzembe.

. INFORMACIO
l Tovabbi informaciokat a karbantartasi kézikdnyvben taldlhat.

zas

MEGJEGYZES
A tobbfunkcids rendszerhez vald hibrid modul esetében minden szlkséges

ovintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerilje a viz hécseréléjénél a
lehetséges fagyasi sériléseket, miel6tt ezt a funkciot hasznalni vagy aktivalni lehetne.
A részletes informaciokért tekintse meg a beltéri szerelési kézikonyvet.

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd leszivattylzas
Uzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja az egységet.

)\  VESZELY: ROBBANASVESZELY

< Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hltékozeg szivarog a hiitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkodsd kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Haszndljon kilon begy(ijté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Uzemelni.

MEGJEGYZES
Miel6tt eltdvolitand a hiit6kozegesoveket a leszivattyuzas izemmaod soran, allitsa le a

kompresszort. Ha a kompresszor mukodik, és az elzarészelep nyitva van a
leszivattylzas sordn, levegd kerllhet a rendszerbe. A h(itékozegkorben fellépd
rendellenes nyomas a kompresszor meghibdasodasdhoz vagy a rendszer
karosodasahoz vezethet.

A leszivattyuzas Gzemmdd kivonja az 6sszes hlit6kdzeget a rendszerbdl, és a kiltéri
egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepsapkat a folyadékelzard szeleprél és a gazelzard szeleprél.

SzerelGi referencia-Utmutato
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N

Inditsa el a kényszerh(tést. Lasd "16.3 A kényszeritett h(ités inditdsa és
ledllitasa" [» 77].

5-10 perc utan (alacsony hémérséklet esetén (<-10°C) elegendd 1-2 perc is)
zarja el a folyadékelzard szelepet egy imbuszkulccsal.

A vakuum elérését kovetben ellendrizze a gyUjtbesovet.

2-3 perc elteltével zarja el a gdzelzard szelepet, és dllitsa le a kényszerh(itést.

a Gazelzardszelep

b Zarasiranya

¢ Imbuszkulcs

d Szelepkupak

e Folyadékelzard szelep

16.3 A kényszeritett hités inditasa és leallitasa

1

Kapcsolja Kl az dramellatast, tavolitsa el a szervizfedelet és a kapcsolddoboz
fedelét, valamint a szerviz PCB kapcsold fedelét.

Allitsa az SW5 és SW6 DIP kapcsolét K allasba.
Allitsa az SW2 DIP kapcsolét COOL allasba.

Szerelje vissza a PCB kapcsoldfedelet.

Kapcsolja BE a kultéri egységet.

Nyomja meg a kényszeritett h(tési Gzemmadd SW1 kapcsoldjat a kényszeritett
h(ités inditasahoz.

Nyomja meg a kényszeritett h(tési Gzemmadd SW1 kapcsoldjat a kényszeritett
hiités ledllitasahoz.

2MXM-A8, 3MXM-A8, 4AMXM-A8, SMXM-A8
R32 Split sorozat
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8 Zdrja a kapcsoldédoboz fedelét és a szervizfedelet.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy a kényszeritett h(ités izemmaddja kdzben a viz h6mérséklete 5°C

felett maradjon (lasd a beltéri egység hémérsékletére vonatkozd adatokat). Ezt
példaul a klimakonvektor egységek ventilatorainak bekapcsoldsaval érheti el.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN 2MXM-A8, 3MXM-A8, 4MXM-A8, 5MXM-A8
8 R32 Split sorozat
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17 MUszaki adatok

= A mdszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legUjabb verzidjanak teljes dokumentdcidja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhaté (jelszo szikséges).

17.1 Huzalozasi rajz

A bekotési rajz az egység tartozéka, a kiiltéri egység belsejében (a feddlap alsé
részén) talalhatao.

17.1.1 Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi rajzan taldlja. Az
alkatrészek szdmozdsa arab szamokkal torténik, minden alkatrészhez emelkedd
sorrendben, és az aldbbi felsoroldsban "*" jelzi az alkatrészkddban.

Jeldlés Jelentés Jeldlés Jelentés

____ | Aramkéri megszakité D Védsfoldelés

‘b/— =) Zajmentes foldelés

e Védasfoldelés (csavar)

- Csatlakozas ® Egyenirdnyito
e eaf} | Csatlakozd - Relé csatlakozd
L Fold '@ Rovidzard csatlakozo
W W-: | Helyszini huzalozas o Csatlakozé
-+ |Biztositék mum) Kapocsléc
TNT%E Beltéri egység o e Vezetékfogo
(% Kultéri egység —IT11+ | F(itéegység
_j/ Maradékarammal
mUkods eszkoz

Jeldlés Szin Jeldlés Szin
BLK Fekete ORG Narancssarga
BLU Kék PNK Rézsaszin
BRN Barna PRP, PPL Lila
GRN Zold RED Piros
GRY Szirke WHT Fehér
SKY BLU Egkék YLW Sarga
Jeldlés Jelentés
A*p Nyomtatott dramkaori kartya
BS* BE/KI nyomdgomb, Gizemmdd kapcsold
BZ, H*O Riaszto

2MXM-A8, 3BMXM-A8, 4AMXM-A8, 5SMXM-A8 4 DAIKIN
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Jelolés

Jelentés

C*

Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Csatlakozas, csatlakozd

D*, V*D Dioda

DB* Diédahid
DS* DIP kapcsold
E*H Fltbegység
FU*, F*U (a jellemz6khoz lasd az Biztositék

egységen taldlhaté PCB-t)

FG* Csatlakozo (keret foldelés)

H* Kabelkoteg

H*P, LED*, V*L Ellen6rzélampa, vildgitd didda
HAP Vilagito dioda (Uzemjelzés: zold)
HIGH VOLTAGE Magas fesziiltség

[ES Figyel§ szem szenzor

IPM* Intelligens drammodul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Elektromagneses relé

L Aktuadlis

L* Hécseréls

L*R Onindukcids tekercs

M* Léptetémotor

M*C Kompresszor motor

M*F Ventildtor motor

M*P Elvezet6szivattyl motor

M*S Legyez6motor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Elektromagneses relé

N Nulla

n=* N=* Atvezetések szama a ferritmagon
PAM Impulzusamplitidé-modulécio
PCB* Nyomtatott dramkaori kartya
PM* Tapfesziltség modul

PS Kapcsoldizemd tapellatas

PTC* PTC termisztor

Q* Szigetelt bipolaris kaputranzisztor (IGBT)
Q*C Aramkori megszakitd

Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd

Q*L Tulterhelésvédd
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Jeldlés Jelentés

Q*M Hbékapcsolo

Q*R Maradékarammal m{ikodé eszkdz

R* Ellenallas

R*T Termisztor

RC Vevd

S*C Végallaskapcsolo

S*L Uszdkapcsold

S*NG Ht6kozeg-szivargast ellenérzd detektor

S*NPH Nyomasérzékels (magas)

S*NPL Nyomasérzékels (alacsony)

S*PH, HPS* Nyomaskapcsold (magas)

S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)

S*T Termosztat

S*RH Paratartalom-érzékel8

S*W, SW* Uzemkapcsold

SA*, F1S Tulfesziltségvédo

SR*, WLU Jelvevé

SS* Valasztdkapcsold

SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez

T*R Transzformator

TC, TRC Jeladd

V* R*V Varisztor

V*R Diddahid, Szigetelt bipolaris
kaputranzisztor (IGBT) arammodul

WRC Vezeték nélkdli taviranyitod

X* Csatlakozo

X*M Kapocsléc (blokk)

Y*E Elektronikus szabalyozdszelep

Y*R, Y*S Hdcseréld iranyvaltd szolenoid szelepe

7*C Ferritmag

ZF, 7*F Zajsz(rd

17.2 CsoOvek rajza

17.2.1 Csovek rajza: Kultéri egység
= Tulnyomas-kapcsoldk: kategdria IV
= Kompresszor: kategéria ll
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= KiegyenlitStartaly: 4MXM80, 5MXM90 II. kategoria, egyéb tipusok I. kategdria
= Egyéb alkatrészek: 1asd a PED 4. cikkelyének 3. bekezdését

2MXM68

(6. 4Cu)

tv b v-B

(6. 4CuT)

d r-A
o 5 2 .
7.90uT 6. 40uT — - }
7.90uT h % 7. 9CuT Q 6. 4CuT é. é
NAA r-B
AAA
AAA
12.7CuT
< 15. 9CuT 12, 70uT k’/‘
o u u 15.9cuT X
u e
L2 — " 7}5_55})
1127007 g _ v-B
et
< =
15.90uT  <——— 3
m{ =
<
——— _|
p 12.7CuT ‘
Hécserél6 4-jaratu szelep u
Kultéri levegbhémérséklet- Hangtompitd v
termisztor
Hécserél6 hémérséklet- m  AKkilépd csé termisztora w
érzékeldje
REFNET fej Kompresszor X
Ventilator motor Kiegyenlitétartaly y
Axidlis ventilator Gazelzardszelep S1PH
Kapillaris csé Folyadékelzaré szelep
Osztomd Elektronikus ——
szabalyozdszelep
Hangtompito szlrével Termisztor (folyadék) —

Szolenoid szelep

Sz(iré

Termisztor (gaz)
Helyiség

Helyszini csévek — folyadék
Helyszini csovek — gaz
Folyadéktartaly
Tulnyomas-kapcsold
(automatikus visszaallitas)

H{t6kozeg-aramlas: hiités

Ht6kozeg-aramlas: flités
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82

P DAIKIN

2MXM-A8, 3MXM-A8, AMXM-A8, SMXM-A8

R32 Split sorozat
4P766272-5C - 2025.05



17 | MUszaki adatok

3MXM40, 3MXM52

a d
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—
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——> 12.7CuT ’ 15.9CuT
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E3 (9.5CuT)
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8: Lt27cur Hf(X;CBuT)
12.7CuT, g ” V-C
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(12.7CuT)|
15.9CuT  <t—— E
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3MXM68
d
7.9CuT [(;%r-A 6.4CuT ; é I L V_A
! (6.4CuT)
7.9CuT g h — 7.9cuT r-8 6.4cuT g é \ v-B W
(6.4CuT)
7.9CuT r-C 6.4CuT él é vl v-C
™ (6.4CuT)
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—> 15.9CuT 12.7CuT 15.9CuT
12.7¢ u
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u
l127cur Wl
L1270t lg, al-
: E— —
p 12.7CuT H
\
a Hdbcseréld k 4-jaratd szelep u Termisztor (gdz)
b Kultéri levegbhémérséklet- | Hangtompitd v Helyiség
termisztor
¢ Hé&cserél§ h6mérséklet- m  Akilépd csé termisztora w Helyszini csovek — folyadék
érzékelGje
d REFNET fej n Kompresszor x Helyszini csévek — gaz
e Ventilator motor o KiegyenlitGtartaly y Folyadéktartdly
f Axidlis ventilator p Gazelzardszelep S1PH Tulnyomas-kapcsold
(automatikus visszaallitas)
g Kapillaris csé q Folyadékelzaro szelep
h  Osztomd r Elektronikus —=— Ht6kozeg-dramlas: h(ités
szabalyozdszelep
i Hangtompitd szlrével s Termisztor (folyadék) = HUt6kozeg-aramlas: flités
j Szolenoid szelep t Szlr6
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18 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gizembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartdasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.
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