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1 Visparigas drosibas

piesardzibas pasakumi

1.1 Informacija par dokumentaciju

= Originala dokumentacija ir rakstita angju valoda. Paréjas valodas
ir originalo dokumentu tulkojumi.

» Saja dokumenta aprakstitie dro$ibas pasakumi attiecas uz loti
svarigam témam un ir rapigi jaievero.
= Sistémas uzstadiSana un visas darbibas, kas aprakstitas

uzstadiSanas rokasgramata un uzstaditaja uzzinu rokasgramata,
ir JAVEIC pilnvarotam uzstaditajam.

111 Bridinajumu un simbolu nozime

A BISTAMI!

Norada situaciju, kas
savaino$anos.

izraisa navi vai nopietnu

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var
sanems$anu.

B

izraisit  elektrotrieciena

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit apdegumu gisanu |oti
augstas vai zemas temperatiras iedarbibas rezultata.

B

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Norada iesp&jami spradzienbistamu situaciju.

B

BRIDINAJUMS

Norada situaciju,
savainosanos.

kas var izraisit navi vai nopietnu

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

UZMANIBU!

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai arl vieglu vai
vidéji smagu savainoSanos.

BB P

PAZINOJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit aprikojuma vai TpaSuma
bojajumus.

e
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

INFORMACIJA

Norada noderigus padomus vai papildinformaciju.

Simbols Paskaidrojums

PAZINOJUMS

Lai arpus telpam uzstadamaja iekartd neiek|Gtu Gdens,
darbus ir ieteicams veikt sausa un skaidra laika.

Pirms uzstadiSanas izlasiet uzstadiSanas un
ekspluatacijas rokasgramatu, ka art elektriskas
shémas instrukciju.

[13]

Pirms apkopes un servisa darbu veikSanas izlasiet
apkopes rokasgramatu.

Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja
|- ] uzzinu rokasgramata.

1.2 Informacija uzstaditajam

1.21 Visparigi

Ja neprotat uzstadtt vai lietot iekartu, tad vérsieties pie izplatitaja.

@ PAZINOJUMS

Nepareiza aprikojuma vai piederumu uzstadiSana var
izraisit  elektrotriecienu,  Tssavienojumu, noplades,
aizdegSanos vai citadi bojat aprikojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprikojumu un rezerves dalas, kuras
razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin.

A BRIDINAJUMS

NodroSiniet, lai uzstadiSana, parbaudes un izmantotie
materiali  atbilstu piemérojamo likumdoSanas aktu
prasibam (papildus Daikin dokumentacija aprakstitajam
instrukcijam).

A UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargpbrilles utt.).

A BRIDINAJUMS
Noplésiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisinus, lai
ar tiem neviens nespélétos, it ipasi bérni. Pretéja gadijuma
iespéjams nosmaksanas risks.

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

= Darbibas laika un uzreiz péc tas neskarieties pie
dzesétaja caurulém, 0ddens caurulém un iekSeéjam
dalam. Tas var bat parak karstas vai parak aukstas.
Nogaidiet, lidz to temperatira atgriezisies normas
robezas. Ja tomér nepiecieSams tam pieskarties,
valkajiet aizsargcimdus.

= NEPIESKARIETIES noplidusam dzesétajam.

Saskana ar attiecigiem likumdo$anas aktiem var bt nepiecieSams
[1dz ar izstradajumu piegadat zurnalu, kas satur vismaz $adas zinas:
informaciju par apkopi, remontu, parbaudes rezultatiem, dikstaves
periodiem utt.

Pieejama vieta uz izstradajuma JABUT sniegtai ari $adai
informacijai:

= Instrukcija par sistémas izslégSanu arkartas gadijumos.

= Ugunsdzéséju, policijas un slimnicas nosaukums un adrese.

= Pakalpojuma kontaktdati — nosaukums, adrese, diena sun nakts
talruna numuri.

Instrukcija par $ada zurnala sastadiSanu ir ieklauta Eiropas
standarta EN378.

1.2.2 UzstadiSanas vieta

= Ap iekartu atstajiet pietieckami daudz brivas vietas, lai nodro$inatu
gaisa cirkulaciju un varétu veikt iekartas remontu.

= NodroSiniet, lai uzstadiSanas vieta spétu izturét iekartas svaru un
vibracijas.

= Gadajiet, lai telpa batu laba ventilacija. NEDRIKST aizsegt
ventilacijas atveres.

= NodroSiniet, lai iekarta batu nolimenota.

NEUZSTADIET iekartu talak minétajas vietas.
= Vietas, kur pastav potenciali spradzienbistama atmosféra.

= Vietas, kur atrodas masinérija, kas izdala elektromagnétiskos
vilnus. Elektromagnétiskie vilni var traucét vadibas sistémai un
izraistt aprikojuma darbibas traucéjumus.

= Vietas, kur pastav aizdegSanas risks uzliesmojosu gazu nopltudes

Skiedru un uzliesmojosu puteklu klatbatnes dé|.

= Vietas, kur rodas korozivas gazes (pieméram, sérskabes gaze).
Vara caurulu vai lodéto savienojumu korozija var izraisit dzesétaja
nopludes.

= Vannas istabas.

Instrukcija iekartai ar aukstumagentu R32

Ja tiek izmantots.

A BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

BRIDINAJUMS
= Nedurt un nededzinat.

= AtkauséSanas procesa paatrinasanai neizmantojiet
nekadus citus I1dzek|us, iznemot razotaja ieteiktos.

= Nemiet véra, ka aukstumagents R32 ir BEZ smarzas.

A UZMANIBU!

NEAIZTIECIET iekartas gaisa ievadu un aluminija ribas.

/E\ BRIDINAJUMS

No mehaniskiem bojajumiem pasargatu iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav aizdegSanas avotu
(pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai elektriska
silditaja, kas pastavigi darbojas); telpas izmériem jabat
atbilstoSiem talak minétajiem.

PAZINOJUMS

= Uz iekartas aug$S€jas virsmas NENOVIETOJIET
nekadus objektus un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas.

@ PAZINOJUMS

= NEDRIKST otrreiz
savienojumus.

izmantot  iepriek§ lietotus

= DzeséSanas sistéemas uzstadisanas laika izveidotajiem
savienojumiem ir jabat pieejamiem apkopei.
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

A BRIDINAJUMS A (M)
= S ; 550
Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst 540
Daikin instrukcijam un attiecigiem tiesibu aktiem 0 /
(pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmanto$anu) un 510500
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals. 490480 /
410
UzstadiSanas vietas prasibas 460 /
450440
@ PAZINOJUMS L ./
= Caurulém jabdt aizsargatam pret mehaniskiem 410400 S
bojajumiem. 232380 $/
= Jauzstada péc iespéjas Tsaki caurulvadi. 350360 :;71’
= = 340 §
A BRIDINAJUMS W &
Ja iekarta ir aukstumagents R32, tad telpa, kur iekarta ir ™
uzstadita, tiek ekspluatéta un uzglabata, gridas platibai L
JABUT lielakai par minimalo gridas platibu, kada noradita .
tabula zem A (m?). Tas attiecas uz: ®
« leksgjiem blokiem bez aukstumagenta noplades =
devéja; ja iekSéjie bloki ir ar aukstumagenta noplades 210200
deveéju, tad sk. uzstadiSanas rokasgramatu. 190180
= Argjo bloku, kas uzstadits vai glabajas telpa (piem., .
ziemas darza, garaza, masintelpa). 150140
= Caurulvadiem vietas, kur trakst ventilacijas. mom
110
S - i 100
Minimalas gridas platibas noteikSana 90
80
1 Nosakiet kopé&jo aukstumagenta daudzumu sistéma (= rdpnica [ ted LSS
uzpilditais aukstumagents @ + @ papildus uzpilditais 0 Wal 'O/U =
aukstumagents). 20 — | e
20 T 1 ounted U0
10 — 1 Ceiling-M
Contains fluorinated greenhouse gases 0 ‘
11 14(18)22026] 3 |34[38]42(46|5 |54(58(62[66|7 |74]78
I R32 o= |kg 12 18 24 28 32 36 4 44 48 52 56 64 68 72 76 7956
GWP: xxx o : m (kg)
(2] —_— Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
r. 9 9+0-= kg unit® unit® unit®©
s Wi e o5 m (kg)—A,,, (m) m(kg)—A, (M) |m (kg —A, (m?)
: <1.224 —— <1.224 —— <1.224 ——
2 Nosakiet attiecigo grafiku vai tabulu. 1'2122:?‘226 1'2122:1'23 1'2122:12'2
= lek$€jam blokam: Vai iekarta uzstadita pie griestiem, pie 1.6—1.63 1.6—2.44 1.6——22.0
sienas vai uz gridas? 1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
= Aréjam blokam, kas uzstadits vai glabajas telpa, un argjam ggiggg ;-272-21 2-2721-2
caury(!j\i?dam vietas b(.az ventilacijas tas ir atkarigs no 04— 368 24549 24— 494
uzstadisanas augstuma: 2.6—4.31 2.6—6.44 26580
2.8——5.00 28—7.47 2.8—67.3
Ja uzstadiSanas augstums | Tad izmantojiet grafiku vai 3.0 574 3.0 858 3.0 772
ir.... tabulu... 32— 654 32—9.76 32— 879
<1,8 m Bloks uzstadits uz gridas g-gig-gs 2-271;-2 g-gf?i’f
1,85x<2,2'm Bloks uzstadits pie sienas 389922 38138 38 124
222m Bloks uzstadits pie griestiem :-gf 1?2 2-2712-2 227123
3 Izmantojiet grafiku vai tabulu, lai noteiktu minimalo gridas 44—124 44—185 4.4——166
|atil 46——13.5 4.6——20.2 46—182
platibu.
48 —14.7 48——22.0 48—198
5.0—16.0 5.0—23.8 5.0—215
52—17.3 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4——250
5.6 ——20.0 5.6——29.9 5.6——269
58—215 5.8——32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2——331 7.2——49.4 7.2——445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m  Kopégjais aukstumgenta daudzums sistema
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

A, Minimala gridas platiba
(a) Ceiling-mounted unit (= bloks uzstadits pie griestiem)
(b) Wall-mounted unit (= bloks uzstadits pie sienas)
(c) Floor-standing unit (= bloks uzstadits uz gridas)

1.2.3 Dzeséjosa viela

Péc vajadzibas.
rokasgramata vai
rokasgramata.

@ PAZINOJUMS

Nodrosiniet, lai dzeséjosas vielas caurulu uzstadisana tiktu
veikta saskanad ar piemérojamo likumdoSanu. Eiropa
piemérojamais standarts ir EN378.

PAZINOJUMS

Gadajiet, lai argjie caurulvadi NEBUTU noslogoti.

Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
attiecigd  lietojuma  uzstaditdja  uzzinu

A BRIDINAJUMS
Parbauzu laikd NEKAD nelietojiet produkta spiedienu, kas
ir lielaks par maksimalo pielaujamo spiedienu (kas noradits
datu plaksnité uz iekartas).

A BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta dzesétdja noplide, veiciet visus
nepiecieSamos  piesardzibas pasakumus. Ja tiek
konstatéta dzesétdja gazes noplide, nekavéjoties
izvédiniet telpas. lesp&jamie riski:

= Parmeériga dzesétaja koncentracija slégta telpa var
radit skabekla trakumu.

= Ja dzesétaja gaze noklust saskaré ar liesmam, var
rasties toksiska gaze.

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Izsiknésana — aukstumagenta noplide. Ja vélaties
izstiknét sistému un ir noplide aukstumagenta kontara:

= NEIZMANTOJIET iekartas automatiskas izsiknéSanas
funkciju, ar kuru varat visu aukstumagentu no sistémas
parstknét aréja bloka. lespéjamas sekas: lesp&jama
kompresora aizdegSands un spradziens, ja gaiss
ieplGst kompresora, kad tas darbojas.

= Izmantojiet atseviSku atgiSanas sistéemu, lai

NEDARBINATU iekartas kompresoru.

A BRIDINAJUMS

VIENMER veiciet aukstumagenta atgdsanu.
NEPIELAUJIET aukstumagenta nopludi apkartéja vide.
Izmantojiet vakuumsukni, lai atgaisotu iekartu.

PAZINOJUMS

Kad visas caurules ir savienotas, parbaudiet, vai nav
gazes nopludes. Gazes nopludes noteikSanai izmantojiet
slapekli.

PAZINOJUMS

= Lai novérstu kompresora darbibas traucéjumus,
NEDRIKST iepildit vairak par noradito aukstumagenta
daudzumu.

= Kad nepiecieSams atvért aukstumagenta sistému, ar
aukstumagentu jarikojas saskana ar attiecigajiem
noteikumiem.

A BRIDINAJUMS

Nodrosiniet, lai sisttma nebitu skabekla. Dzesétaju drikst
uzpildit tikai péc tam, kad ir veikta nopludes parbaude un
vakuumzavésana.

= Ja ir nepiecieSama atkartota uzpilde, skatiet iekartas datu
plaksnité noradito informaciju. Taja ir noradits dzeséSanas
Skidruma veids un vajadzigais daudzums.

= lekarta fabrika ir piepildita ar aukstumagentu, bet dazam
sistémam var bat nepiecieSama papildu uzpildiSana atkariba no
cauruju izmériem un to garuma.

= Lietojiet tikai Saja sistéma izmantotajam dzeséSanas Skidrumam
paredzétos rikus, lai nodroSinatu spiedienizturibu un novérstu
sveSkermenu iek|GSanu sistéma.

= DzeséSanas Skidruma uzpildiSana tiek veikta $adi:

Ja Tad

Tiek lietota sifona caurule Veiciet uzpildiSanu ar

(pieméram, cilindram ir augsSupveérstu cilindru.

apziméjums “Pievienots
Skidruma uzpildiSanas sifons”)

Sifona caurule NETIEK lietota Veiciet uzpildisanu ar lejupvérstu

cilindru.

= Lénam atveriet dzeséSanas cilindrus.

= Uzpildiet dzesétaju Skidruma veida. Ja tiks pievienots gazes veida
dzesétajs, var tikt traucéta darbiba.

A UZMANIBU!

Péc aukstumagenta iepildisanas procediras beigam vai
procediras partraukuma uzreiz noslédziet aukstumagenta
tvertnes varstu. Ja varstu NENOSLEDZ uzreiz, tad atlikusa
spiediena ietekmé var tikt iepildits lieks aukstumagenta
daudzums. lespéjamas sekas: Nepareizs aukstumagenta
daudzums.

1.24 Salsudens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditaja uzzinu
rokasgramata.

A BRIDINAJUMS

Salsidens IR jaizvélas saskana ar piemérojamo
likumdoSanu.

A BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta salsidens noplide, veiciet visus
nepiecieSamos piesardzibas pasakumus. Salsidens
noplides gadijuma nekavéjoties izvediniet telpas un
sazinieties ar vietéjo tirgotaju.

A BRIDINAJUMS

lekarta eso$a gaisa temperatira var bat daudz augstaka
par temperatiru telpa, pieméram, 70°C. Salstdens
noplides gadijuma iericé eso$as sakarsusas dalas var
izraisit bistamu situaciju.

Q BRIDINAJUMS

Instalacija IR jaizmanto un jauzstdda saskana ar
piemérojamaja likumdosana noteiktajiem drosibas un vides
aizsardzibas pasakumiem.
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2 Informacija par dokumentaciju

1.2.5 Udens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditdja uzzinu

rokasgramata.

@ PAZINOJUMS

Parliecinieties, vai Gdens kvalitate atbilst ES direktiva
98/83 EK noteiktajam prasibam.

1.2.6 Elektriba

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

= Pirms nonemat slédzu karbas vaku,
pievienojat  elektriskos vadus vai pieskaraties
elektriskajam dalam, pilniba ATSLEDZIET stravas
padevi.

= Pirms apkopes veikSanas stravas padevei jabiit
atvienotai ilgak neka mindti un ir javeic sprieguma
mérisana galvenas kédes kondensatoru spailés vai
elektriskajas dalas. Pirms pieskarSanas elektriskajam
dalam lidzstravas spriegumam JABUT mazakam par
50 V. Spailu atrasanas vietu skatiet elektroinstalacijas
shéma.

= NEPIESKARIETIES elektriskajam dalam ar mitram
rokam.

= NEATSTAJIET iekartu bez uzraudzibas, ja ir nonemts
apkopes parsegs.

A BRIDINAJUMS

Ja rdpnica NAV uzstadits galvenais slédzis vai cits
atvieno$anas lidzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos,
nodroSinot pilnigu atvienoSanu atbilstoSi parsprieguma Il
kategorijas nosacijumiem, tas ir OBLIGATI jaieklauj
fiksétaja elektroinstalacija.

A BRIDINAJUMS
= |zmantojiet TIKAI vara vadus.

= Gadjjiet, lai arejie vadi atbilstu attiecigo noteikumu
prasibam.

Argja elektroinstalacija ir javeido atbilstosi iekartas
komplektacija ieklautajai elektroinstalacijas shémai.

= NESASPIEDIET saiskl esoSos kabelus un gadajiet, lai
tie nesaskartos ar caurulém un asam malam.
NodroSiniet, lai spailu savienojumiem netiktu pielietots
aréjs spiediens.

Noteikti ierikojiet zem&jumu. NESAVIENOJIET iekartas
zeméjumu ar komunala tikla caurulém, izladni vai
talrupa linijas zemé&jumu. Nepilnigs zeméjums var
izraisit elektriskas stravas triecienu.

= Noteikti izmantojiet atseviSku energoapgades avotu.
NEKAD neizmantojiet energoapgades avotu, kas tiek
koplietots ar citu ierici.

= Noteikti uzstadiet nepiecieSamos drosinatajus vai
jaudas slédzus.

= Noteikti iertkojiet nopludstravas aizsardzibu. Ja to
neizdara, tad iesp€jams elektriskas stravas trieciens vai
aizdegSanas.

= Kad uzstadat noplddstravas aizsardzibu, parbaudiet,
vai ta ir saderiga ar invertoru (izturiga pret
augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairitos no
nevajadzigas nopladstravas aizsardzibas
nostradasanas.

PAZINOJUMS

Piesardzibas pasakumi stravas kabelu uzstadiSanas laika:
VN VN
( J (] won @

= Stravas spailu blokam NEPIEVIENOJIET dazada
biezuma vadus (valigs stravas vads var radit parlieku
lielu karSanu).

= Pievienojot vienada diametra vadus, dariet to, ka
paradits attéla ieprieks.

= Vadiem lietojiet paredzétajai stravai atbilstoSus vadus
un stingri pievienojiet, péc tam nostipriniet tos, lai
novérstu aréja spiediena izpleSanos arpus spailu
plates.

= Lai pievilktu spailu skraves, lietojiet atbilstoSu
skravgriezi. Skrdvgriezis ar mazu galvu var sabojat
skraves galvinu un nenodrosinas pareizu pievilkSanu.

= Parvelkot spailu skraves, tas var salauzt.

A BRIDINAJUMS

= Péc elektroinstalacijas darbu pabeigSanas
parliecinieties, vai visas elektriskas dalas un spailes
elektrisko dalu karba ir droSi savienotas.

= Pirms iekartas iedarbinaSanas parliecinieties, vai visi
parsegi ir aizverti.

@ PAZINOJUMS

Attiecinams tikai tad, ja baroSanas blokam ir tris fazes un
kompresoram ir ieslégSanas/izslegSanas iespéja.

Ja péc Tslaiciga elektropadeves traucéjuma iespéjama
pretfaze un produkta darbibas laika stravas padeve tiek
ieslegta un izslégta, pievienojiet lokalu pretfazes
aizsardzibas kédi. Produktu darbinot pretfazé, var sabojat
kompresoru un citas dalas.

2 Informacija par
dokumentaciju
21 Par So dokumentu

INFORMACIJA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un
aiciniet vinu saglabat to turpmakai uzzinai.

Merkauditorija

Pilnvaroti uzstaditaji

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotaji veikalos, vieglaja rdpniecibd& un zemnieku
saimniecibas, vai arT nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparéjie drosibas noteikumi:
= |zlasiet Sos dro$ibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadisanas

= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)

Uzstaditaja uzzinu gramata
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3 Informacija par iepakojumu

= lekséja bloka uzstadiSanas rokasgramata:

= Uzstadisanas instrukcija

= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)

= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:

= UzstadiSanas sagatavo$ana, laba prakse, atsauces dati...

= Formats: elektroniskas datnes http://www.daikineurope.com/

support-and-manuals/product-information/

Komplekta ieklautds dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bat pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu

izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir

originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams redionalaja Daikin

timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin artikla

(ir nepiecieSama autentifikacija).

2.2 Uzstaditaja atsauces rokasgramata

Tsuma

= Péc piegades IR JAPARBAUDA, vai iekarta nav bojata. Par
jebkada veida bojajumiem nekavéjoties JAZINO piegadataja
pretenziju agentam.

= lekartu tas originalaja iepakojuma nogadajiet péc iespéjas tuvak
tas galigas uzstadiSanas vietai, lai neraditu no transportéSanas
bojajumiem.
= Rikojoties ar iekartu, nemiet véra So informaciju:
|1| trausls izstradajums, rikojieties ar iekartu uzmanigi.
Turiet iekartu vertikala stavokli, lai izvairitos no
— bojajumiem.

= lepriek$ sagatavojiet marsrutu, pa kuru nogadasiet bloku telpas.

3.2 leksStelpu iekarta

INFORMACIJA

Sie attéli ir tikai piemérs un var pilniba neatbilst jasu
sistémas izkartojumam.

Nodala

Apraksts

Vispargjie drosibas
noteikumi

Izlasiet Sos droSibas noteikumus
PIRMS iekartas uzstadisanas

Par dokumentaciju

Kada dokumentacija ir pieejama
uzstaditajam

lepakojuma saturs

Ka izpakot blokus un iznemt to
piederumus

Par bloku = Sistémas shéma

= Darbibas diapazons

= Par bezvadu adapteri
Sagatavo$ana Kas jadara un jazina pirms doSanas uz

uzstadiSanas vietu

Uzstadisana

Kas jadara un jazina pirms sistémas
uzstadiSanas

Konfigurésana

Kas jadara un jazina, lai konfigurétu
sistému péc tas uzstadiSanas

Nodo$ana ekspluatacija

Kas jadara un jazina, lai uzsaktu
sistémas ekspluataciju péc tas
konfiguréSanas

NodoSana lietotajam

Kas janodod un jaizskaidro lietotajam

Utilizacija Ka utilizét sistému

Tehniskie dati Sistémas specifikacijas

Glosarijs Terminu definicijas

3 Informacija par iepakojumu

3.1 Parskats. Informacija par
iepakojumu

Saja nodala ir aprakstita riciba péc iepakota iek$&ja bloka

piegadasanas uzstadiSanas vieta.

Te ir informacija par talak uzskaitito:

= Bloku izpakoSana un rikoSanas ar blokiem

= Piederumu iznems$ana no blokiem

Neaizmirstiet talak minéto:

3.21 lek$éja bloka izpakosana

a UzstadiSanas rokasgramata

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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4 Par bloku

b Ekspluatacijas rokasgramata

Visparéjie drosibas noteikumi

Smakas likvidésanas titana apatitu filtrs (paredzéts tikai

FTXP-L un ATXP-L)

e lek$gja bloka stiprindjuma skrave (M4x12L). Sk. 17.
lappusé "6.6.3 Bloka piestiprinaSana uz montazas plates".

f Sausa baterija AAA.LRO3 (sarma) lietotaja saskarnes
iericei

g Lietotaja saskarnes ierices turétajs

h Lietotaja saskarnes ierice

i Montazas plate

Qo0

4 Par bloku

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

4.1 Sistemas shema

@ PAZINOJUMS

Sistému nedrikst uzstadit, kad temperatira ir zemaka par
-15°C.

[ 1 E
o0

Q

()

_!-s_

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT]

lek$éjais bloks

Apkopes vaks

Gaisa filtrs

Smakas likvidéSanas titana apatitu filtrs (paredzéts tikai
ATXP-L un FTXP-L)

Aukstumagenta caurules, drenaZzas $|atene un
starpsavienojuma kabelis

f lzolacijas lente

0T

[}

4.2 Darbibas diapazons

Sistému drikst izmantot Sados gaisa temperatiras un mitruma
apstak|os.

Darbibas rezims Darbibas diapazons

Dzesésana®®) = Ara temperatiira: —10~46°C
= Telpu temperatira: 18~32°C

= Telpu gaisa mitrums: <80%

Sildisana® = Ara temperatiira: —15~24°C

= Telpu temperatara: 10~30°C

Darbibas rezims Darbibas diapazons

Zavé$ana® « Ara temperatira: —10~46°C

= Telpu temperatira: 18~32°C

= Telpu gaisa mitrums: <80%

Ja darbina arpus darbibas diapazona:
(a) DroSiba sierice var partraukt sistémas darbibu.
(b) lekstelpu bloka ir iespéjama kondensacija un piléSana.

5 Sagatavosanas

5.1 Parskats: sagatavosSana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadi$anas
vietu.

Te ir informacija par talak uzskaittto:

= UzstadiSanas vietas sagatavoSana

= Aukstumagenta caurulvadu sagatavosana

= Elektroinstalacijas sagatavoSana

5.2 UzstadiSanas vietas sagatavosana

NEUZSTADIET ierici vietas, kas bieZi tiek izmantota ka darba vieta.
Bavdarbu (pieméram, slipéSanas darbu) gadijuma, kad tiek radits
liels daudzums putek|u, ierice ir JAAPSEDZ.

Izvélieties tadu uzstadiSanas vietu, kura var ienest un iznest ierici.

A BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

5.21 Prasibas iekSéja bloka uzstadiSanas vietai

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala
“Visparigi piesardzibas pasakumi”.

INFORMACIJA

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

= Gaisa plusma. Parliecinieties, ka nekas neaizsprosto gaisa
plasmu.

= Drenaza. Parliecinieties, ka ir nodroSinata pareiza kondensata
aizpldSana.

= Sienas siltumizolacija. Ja temperatira siena parsniedz 30°C un
relativais mitrums 80% vai tad, ja svaigais gaiss plUst siena, ir
nepiecieSama papildu siltumizolacija (vismaz 10 mm biezas
polietiléna putas).

= Sienas izturiba. Parbaudiet, vai siena (vai grida) ir pietiekami
stingra, lai izturétu bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad
pirms bloka uzstadiSanas nostipriniet sienu vai gridu.

Uzstadiet stravas kabelus vismaz 1 metra attdluma no TV vai radio
uztveréja, lai novérstu traucéjumus. Atkariba no radiovilpiem 3 metru
attalums VAR NEBUT pietiekams.

= lzvélieties tadu vietu, kur karsta/auksta gaisa izpli$ana no bloka
vai ta darbibas troksnis NEVIENAM NETRAUCE.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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5 Sagatavosanas

» Luminiscences apgaismojums. Ja lietotdja bezvadu saskarni
uzstada telpa, kura atrodas luminiscences gaismas kermeni, tad ir
jaievéro talak minétie nosacijumi, jo tie laus izvairities no
trauc&jumiem.
= Uzstadiet lietotdja bezvadu saskarni péc iespéjas tuvak

iek8€jam blokam.

= Uzstadiet iek$&jo bloku péc iespéjas talak no luminiscences
gaismas kermeniem.

NAV ieteicams uzstadit ierici $adas vietas, jo tas var saisinat
iekartas kalpoSanas laiku:

= vietas, kur ir ievérojamas sprieguma svarstibas,
= transportlidzek|os un kugos,
= vietas, kur ir skabju vai sarmu tvaiki.

= Vietas, kura atmosféra ir mineralellas miglina, izsmidzinajums vai
tvaiki. Plastmasas detalas nolietojas un nokrit vai rada tdens
nopladi.

= Vietas, kur bloku apspid tieSa saules gaisma.
= Vannas istabas.

= Skanas jutigds vietd (pieméram, gulamistabu tuvuma), lai
darbibas troksnis neraditu apgratinajumu.

A BRIDINAJUMS

NEDRIKST novietot zem iek3&ja un/vai argja bloka
nekadus priekSmetus, kuri var samirkt. Pretéja gadijuma
mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
caurulvadiem, gaisa filtra aizséréSana vai drenazas
nosprostoSanas var izraisit Gdens piléSanu, kas, savukart,
var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.

= Atstarpes. Uzstadiet bloku vismaz 1,8 m augstuma virs gridas un
ievérojiet Sadas prasibas attieciba uz atstarpém pie sienas un pie
griestiem:

230

250 250

(mm)

5.3 Dzesétaja caurulu sagatavosana

5.3.1 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem

Aréjais diametrs | Atlaidinasanas

Biezums (t)®

(9) pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O) 20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

(a) Atkariba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas
maksimala darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu
plaksnites) var bt nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu
biezums.

5.3.2

= |zolacijai izmantojiet polietiléna putas:
= siltumatdeves atrums no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 Iidz

0,045 kcal/mh°C)

= siltuma pretestiba vismaz 120°C

= l|zolacijas biezums

Dzesétaja caurules izolacija

Caurules aréjais Izolacijas iekSéjais | Izolacijas biezums
diametrs (J,) diametrs (9)) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm

ﬁi:\/ Bi,

(o

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativd mitruma, izolacijas materialu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

5.4 Elektroinstalacijas sagatavosana

541 Elektroinstalacijas sagatavosana

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala
“Visparigi piesardzibas pasakumi”.

Aukstumagenta caurulvada diametrs

Izmantojiet tadu pasu diametru ka aréja bloka savienojumiem:

Klase L1 Skidruma L1 gazes
caurulvads caurulvads

20~35 76,4 9,5

50~71 76,4 12,7

Aukstumagenta caurulvadu materials
= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezsuvju vars.
= Platgala savienojumi: izmantojiet tikai raditu materialu.

= Caurulvada atlaidinasanas pakape un biezums:

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala
“Visparigi piesardzibas pasakumi”.

Q BRIDINAJUMS

= Ja stravas padevei nav N fazes vai ta ir nepareiza,
aprikojums sabojasies.

= NodroSiniet pareizu zeméjumu. NESAVIENOJIET
iekartas zemé&jumu ar komunalajam caurulém, izladni
vai talruna Iijas zemé&jumu. Nepilnigs zemé&jums var
izraisit elektroSoku.

= Uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai
slédzus.

jaudas

= Elektroinstalaciju nostipriniet ar kabelu savilcgjiem, lai
kabeli NENONAKTU saskaré ar asam malam vai
caurulém, it ipasi augstspiediena puseé.

= NELIETOJIET izolétus vadus, dzislotos vadus,

pagarinatajus un savienojumus ar zvaigznveida
sistému. Tas var izraisit parkarSanu, elektroSoku vai
aizdegSanos.

= NEUZSTADIET fazu kustibas kondensatoru, jo ST
iekarta ir aprikota ar parveidotaju. Fazu kustibas
kondensators var samazinat veiktspéju un radit
negadijumus.
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6 Uzstadisana

A BRIDINAJUMS

= Argjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiestbu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem wuz vietas saliktajem komponentiem un
elektriskajam konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esoSajiem tiesibu aktiem.

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

6 Uzstadisana

6.1 Parskats. Uzstadisana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadi$anas
vietu, lai pareizi uzstaditu sistému.

Parasta darbplisma

UzstadiSanai parasti ir Sadi posmi:

Aréja bloka uzstadisana.

lek$é&ja bloka uzstadisana.
Aukstumagenta caurulvada pievieno$ana.
Aukstumagdenta caurulvada parbaude.
Aukstumagdenta uzpildisana.
Elektroinstalacijas pievienoSana.

Argjas uzstadisanas pabeigSana.
lek$ejas uzstadiSanas pabeigSana.

INFORMACIJA

Par aréja bloka uzstadisanu (aréja bloka uzstadiSana,
aukstumagenta caurulvada pievieno$ana pie aréja bloka,
elektrisko vadu pievienoSana pie aréja bloka utt.) sk. aréja
bloka uzstadiSanas rokasgramata.

0 N O g~ ON =

6.2 lekSéja bloka atverSana

6.2.1 lek$éja bloka atvérsana

Priek$éja panela nonemsana

1 Abas pusés satveriet priek8€ja panela izvirzijumus un atveriet

a Bloka padzilinajums

2 Nonemiet priek$€jo paneli, pabidot to pa labi vai pa kreisi un
tad pavelkot uz savu pusi.

Rezultats: Priek§€ja panela tapa viena mala tiks atvienota.

3 Tada pasa veida atvienojiet priek§éja panela tapu otra mala.

a Priekséja panela tapa

Priek$éja panela uzstadisana

1 Piestipriniet priek8éjo paneli. Savietojiet tapas ar ligzdam un
iebtdiet tas I1dz galam.

2 Leéni aizveriet priekS&jo paneli un piespiediet abas pusés centra.
Priek$éja rezga nonemsana

& UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargpbrilles utt.).

1 Nonemiet priek§€jo paneli, lai iznemtu gaisa filtru.

2 Izskrhvéjiet 2 skrives (20~35 klase) vai tris skrives (50~71
klase) no priekséja rezga.

3 Piespiediet uz leju 3 augséjos akus, kas apziméti ar 3 aplu
simbolu.

I SRR
.

a Augsgjais akis
b 3 aplu simbols

4 leteicam atvert aizbidni pirms priekséja rezga nonemsanas.

5 Pielieciet abas rokas zem priek$éja rezga centra, pabidiet rezgi
uz augsu un tad uz savu pusi.

Priek$éja rezga uzstadisana

1 Uzstadiet priek$&jo rezgi un stingri pieakgjiet 3 augséjos akus.
2 leskravejiet 2 skrioves (20~35 klase) vai 3 skraves (50~71
klase) priek$éja rezgt.
3 lelieciet gaisa filtru un péc tam uzstadiet priek$&jo paneli.
Elektribas sadales karbas nonemsana
1 Nonemiet priek$gjo rezgi.

2 Izskravéjiet 1 skravi no elektribas sadales karbas.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

3 Pavelkot elektribas sadales karbas vaka izvirzito augséjo dalu,
atveriet karbas vaku.

4 Atakéjiet cilni vaka apak8a un nonemiet elektribas sadales
karbas vaku.

a Cilnis
b lzvirzita dala vaka augSpusé
c Skrave
5 Lai uzstaditu vaku, vispirms ieakéjiet apakséjo cilni elektribas
sadales karba, bet péc tam iebidiet vaku 2 augsgjos cilnos.
Apkopes vaka atvérSana
1 lIzskrivéjiet 1 skravi no apkopes vaka.

2 lzvelciet apkopes vaku horizontali no bloka.

a Apkopes vaka skrave
b  Apkopes vaks

6.3 lekSeja bloka uzstadisana

6.3.1 Drosibas noradijumi par iek$éja bloka
uzstadiSanu

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

6.3.2 Montazas plates uzstadiSana

-

Veiciet montazas plates pagaidu uzstadisanu.

N

Nolimenojiet montazas plati.

w

Izmantojot mérlenti, atziméjiet uz sienas urbumu centrus.
Pielieciet mérlentes galu pie simbola ">".

4 Pabeidziet uzstadisanu, piestiprinot montazas plati ar skrivém
pie sienas.

INFORMACIJA

Nonemto caurules atveres vaku var atstat montazas plates

"kabata".
20~35 klase:
a b c a c a
e
o o & @ 116.5
000
9 @ = d
N D
=0
[to] o oq | e}
3 H N ERIE:
e F%w NOYAN
|
a 170 48
337 T
(mm)
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6 Uzstadisana

50~71 klase:

295

Montazas plates ieteicamas piestiprinasanas vietas
"Kabata" caurules atveres vakam

Cilni spirta lTmenraza pielik§anai

CaurejoSs urbums siena, @65 mm

Drenazas $|ltenes vieta

Mérlentes vieta pie simbola ">"

Gazes caurulvada gals

Skidruma caurulvada gals

TQ D Q20T QO

6.3.3 Lai izveidotu urbumu siena

A UZMANIBU!

Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet
siena iegremdétu cauruli un sienas parsegu caurejo$a
urbuma, lai novérstu iespéjamo sakarSanu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

PAZINOJUMS

Noteikti noblivéjiet spraugas starp caurulém ar blivéSanas
materialu (aré&jais piederums), lai novérstu ddens nopladi.

1 lzurbiet 65 mm lielu caurejoSu urbumu siena ar slipumu uz leju
un uz arpusi.

2 levietojiet 8aja urbuma siena iegremdé&jamo cauruli.
levietojiet sienas vaku sienas caurulé.

ab

) N

c
b a (mm)
a Siena iegremdéta caurule
b Tepe
¢ Sienas urbuma vaks
Piezime: Péc vadu, aukstumagenta un drendzas caurulu

ievilkS§anas NEAIZMIRSTIET noblivét spraugu ar tepi.

6.3.4 Caurulu atveres vaka iznpemsana

Lai caurulvadu savienotu labaja pusé, pa labi apaksa, kreisaja pusé
vai pa kreisi apaksa, JAIZNEM caurules atveres vaks.

1 Nogrieziet caurules atveres vaku no priekséja rezga iekSpuses
ar dzelzs zagti.

2 Ar pusapalo adatvili nonemiet zagéjuma grates.

|

@ PAZINOJUMS

NEDRIKST izmantot asknaibles, lai nopemtu caurules
atveres vaku, jo ta sabojasiet priek$gjo rezgi.

6.3.5 Drenazas nodrosinasana

Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata aizpliSana. Tas
ietver sekojo$o:

= Visparigi noradijumi

= lek$g&ja bloka drenazas caurulvada savienoSana

= Udens noplides parbaude

Visparigi noradijumi

= Caurulvada garums. Drenazas caurulvadam jabat péc iespé&jas
Tsakam.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

= Caurules izméri. Ja nepiecieSams pagarinat drenazas $|ateni vai
ieblveto drendzas caurulvadu, tad izmantojiet piemérotas
rezerves dalas, kas atbilst $|atenes priekSgalam.

[ee]
PAZINOJUMS

Q
= Uzstadiet drenazas S|ateni ar slipumu uz leju.

|LD16

= Atveres NAV pielaujamas.
= NEDRIKST ievietot §|Gtenes galu Gdent.

= Drenazas S|utenes pagarinajums. Lai pagarinatu drenazas
Slateni, izmantojiet @16 mm Slateni (aréjais piederums).
NEAIZMIRSTIET uzmaukt siltumizolacijas cauruli uz
pagarinajuma $|utenes dalas telpas.

i a © b c

a o
Q
_‘__1333{ ﬂm:J T /////

a Lidz ar iekSéjo bloku piegadata drenazas S|atene
b  Siltumizolacijas caurule (aréjais piederums)
¢ Drenazas $|Utenes pagarinajums

= Stingra polivinilhlorida caurule. Kad savienojat stingro
polivinilhlorida cauruli (nominalais @13 mm) ar drenazas S|ateni,
izmantojiet aréjo piederumu — drenazas platgali (nominalais
@13 mm).

a @ b c
2> | |
= - D

4
a Lidz ar iek8éjo bloku piegadata drenazas $|atene
b Drenazas platgalis ar nominalo @13 mm (aré&jais

piederums)
¢ Stingra polivinilhlorida caurule (aréjais piederums)

= Kondensacija. Veiciet pasakumus, lai novérstu kondensaciju.
Izoléjiet telpas visu drenazas caurulvadu.
1 levietojiet drenazas §|uteni drenazas caurulé, ka paradits Saja
attéla, lai ta NEBUTU ara no drenazas caurules.

I

-|.| mm

Caurulvada savienoS$ana labaja pusé, pa labi
aizmuguré vai pa labi apaksa

INFORMACIJA

Ridpnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pus€, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 Ar vinila Imlenti piestipriniet
aukstumadenta caurulu apaksas.

drenazas Slateni pie

2 Ar izolacijas lenti satiniet kopa drenazas S|dateni un
aukstumagenta caurules.

c

A Labas puses cauru|vads

B Caurulvads pa labi apaksa

C Caurulvads pa labi aizmuguré

a Seit iznemiet cauru|u atveres vaku caurulvadam labaja
pusé.

b Seit iznemiet cauru|u atveres vaku caurulvadam pa labi
apaksa.

Caurulvada savienos$ana kreisaja pusé, pa kreisi
aizmugureé vai pa kreisi apaksa

INFORMACIJA

Rdpnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pus€, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 lIzskravejiet izolacijas stipringjuma skravi labaja pusé un
iznemiet drenazas $|ateni.

2 Iznemiet drenazas tapu kreisaja pusé un ielieciet to labaja
puseé.

@ PAZINOJUMS

NEDRIKST uzklat elju (aukstumadenta ellu) uz drenazas
aizbazna, kad to ievieto atveré. Drenazas aizbaznis var
sabojaties, un tad var rasties noplude gar aizbazni.

Ll 4

a 4 mm seSstdra atsléga

3 levietojiet drenazas S|Oteni kreisaja pusé un neaizmirstiet
nostiprinat to ar stiprinajuma skravi; pretéja gadijuma ir
iespéjama tdens noplide.

a lzolacijas stiprinajuma skrave
b Drenazas S|utene

4 Piestipriniet drenazas S§|Gteni pie aukstumagenta caurulém
apaksa ar vinila limlenti.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Uzstadisana

Kreisas puses caurulvads
Caurulvads pa kreisi aizmuguré
Caurulvads pa kreisi apak$a
Seit izpemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam kreisaja
puseé.

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
aizmuguré pa kreisi.

o OW>

(=3

Udens nopliides parbaude

1 Izpemiet gaisa filtrus.

2 Pakapeniski ielejiet apméram 1 | Gdens drenazas tvertné un
parbaudiet, vai nav noplades.

g /7 —

,ﬂ@:

()

6.4 Dzesésanas Skidruma cauruju
pievienosana

6.4.1 Dzesétaja cauruju pievienoSanu

Pirms dzesétaja caurulu pievienoSanas veicamie darbi
Parliecinieties, ka iekStelpu un ara iekarta ir nostiprinata.
Parasta darbplisma
Dzesétaja caurulu pievienoSana ietver:
= Dzesétaja caurulu pievienoSanu iekStelpu iekartai
= Dzesétaja caurulu pievienoSanu ara iekartai
= Dzesétaja caurulu izolaciju
= leveérojiet noradijumus par $8dam operacijam:
= Caurulu locisana
= Caurulu galu paplatinasana

= Noslégvarstu izmantoSana

6.4.2 Piesardzibas pasakumi dzesétaja caurulu

pievienosanas laika

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak

noraditajas nodalas:
= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

& BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

A

UZMANIBU!
= Izmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.

= Lai novérstu gazes nopladi, uzklajiet aukstumagenta
ellu tikai paplatindjuma iekSpusé. Izmantojiet R32
aukstumagenta ellu.

= NEDRIKST ofrreiz  izmantot iepriekd lietotus
savienotajus.

A

UZMANIBU!
= NELIETOJIET mineralellu platgala detalu e|lo$anai.

= Lai 8is R32 bloks kalpotu paredzéto laiku, NEDRIKST
tam uzstadit sausinataju. SausinaSanas materials var
sadrupt un sabojat sistému.

®

PAZINOJUMS

Nemiet véra Sos noradijumus, kas saistiti ar dzesétaja
caurulém:

= Dzesétaja cikla izmantojiet tikai tam paredzéto
dzesésanas Skidrumu (pieméram, nelaujiet cikla iekl|at
gaisam).

= Dzesétaja pievienoSanas laika izmantojiet tikai R32.

= |zmantojiet tikai tos piederumus (pieméram, kolektora
manometra komplektu), kas ir tieSi pieméroti R32
uzstadiSanai, lai nerastos klimes saistiba ar spiedienu
un nepielautu nevajadzigu materialu (pieméram,
mineralellas un mitruma) ieklG$anu sistéma.

= Uzstadiet caurules ta, lai konuss NETIKTU paklauts
mehaniskajam spiedienam.

= Nemiet véra nakamaja tabula ieklauto informaciju, lai
nepielautu netirumu vai putek|u iek|GSanu caurulés.

= Esiet uzmanigi, vadot vara caurules cauri sienam
(skatiet zemak izvietoto attélu).

ﬁ@ﬁ?@ﬁ%@%

Mérvieniba Uzstadisanas Aizsardzibas
periods metode
Ara iekarta >1 ménesis Savelciet cauruli
<1 ménesis Savelciet cauruli vai
lekstelpu iekarta Neatkarigi no perioda |iZmantojiet lenti

INFORMACIJA

NEATVERIET dzesétadja noslégSanas varstu, ja nav
parbauditas dzesétaja caurules. Ja nepiecieSams pievienot
papildu dzeséSanas Skidrumu, péc uzpildes ieteicams
atvért dzesétaja noslégSanas varstu.

6.4.3

Norades dzesétaja caurulu pievienosanai

Savienojot caurules, nemiet véra sadus noradijumus:

= Parklajiet paplatindjuma iek$éjo virsmu ar étera ellu vai estera

ellu,

kad piestiprinat platgala uzgriezni. Vispirms ar roku

uzskraveéjiet 3 vai 4 apgriezienus, bet péc tam stingri pievelciet.

\

£l S
I
!

= VIENMER lietojiet kopa divas uzgrieznu atslégas, kad atskravéjat
platgala uzgriezni.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

= Vienmér kopa lietojiet uzgrieznu atslegu un dinamometrisko
atslégu, lai pievilktu platgala uzgriezni, kad savienojat caurulvadu.
Tas nepiecieSams, lai nepielautu uzgriezna sabojaSanu un
noplddes.

a Dinamometriska atsléga
b Uzgrieznu atslega
¢ Caurulu savienojums
d Platgala uzgrieznis
Caurulvada PievilkSanas |Platgala izméri | Platgala forma
izmeri (mm) griezes (A) (mm) (mm)
moments
(Nem)
76,4 15~17 8,7~9,1
9,5 33~39 12,8~13,2
12,7 50~60 16,2~16,6

6.4.4 Norades caurulu liekSanai

SaliekSanai izmantojiet caurulu saliecéju. Caurules jaliec, ievérojot
péc iespéjas lielaku piesardzibu (liekSanas radiusam jabat
30~40 mm lielam vai lielakam).

6.4.5 Caurules gala paplasinasana

A UZMANIBU!

= Nepietiekams paplatindjums var izraisit dzesétaja
gazes nopladi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai novérstu
iespéjamu dzesétaja gazes nopladi, izmantojiet jaunus
konusus.

= Izmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa
uzgrieznus. lzmantojot citus konusa uzgrieznus,
iespéjama dzesétaja gazes noplude.

1 Nogrieziet caurules galu ar caurulu Skérém.

2 Paversiet griezuma virsmu uz leju un nonemiet tai grates, lai
skaidas NENONAK caurulé.

I

a—/\b

a Grieziet precizi taisna lenkT.
b  Nonemiet grates.

3 Nonemiet platgala uzgriezni no noslégvarsta un uzskraveéjiet
platgala uzgriezni caurulei.

4 Uzlieciet caurulei platgala savienojumu. lestatiet tieSi tada
stavokli, ka paradits Saja attéla.

2

Platgala riks R32 Parastais platgala riks
sistémai (sajiga Sajiiga tipa Sparnuzgriezna
tipa) tipa
(Ridgid tipa)
(Imperial tipa)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Parbaudiet, vai platgals ir pareizi izveidots.

=

a —g— b
c

a Platgala iekséjai virsmai JABUT nevainojamai.

b Caurules galam JABUT vienmérigi paplatinatam ideala

aplt.
c Parliecinieties, ka platgala uzgrieznis ir uzskravéts.

6.4.6 Aukstumagenta caurulvada savieno$ana
ar iekSéjo bloku

= Caurulvada garums. Aukstumagenta caurulvadam jabat péc
iespéjas Tsakam.

= Platgala savienojumi. Aukstumagenta caurulvadu savienojiet ar
bloku, izmantojot platgala savienojumus.

= lzolacija. Izolgjiet aukstumagenta caurulvadu, savienotajkabeli un

drenazas $|Uteni pie iekS€ja bloka sadi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares [imlente

Drenazas $|atene

g
@ PAZINOJUMS

a
b
c
d
e

f

Noteikti izolgjiet visu aukstumagenta caurulvadu.
Caurulvada posms bez izolacijas var izraistt kondensata
veido$anos.

6.5 Elektroinstalacijas pievienoSana

6.5.1 Par elektroinstalacijas vadu pievienosanu

Parasta darbpliasma

Elektriska vadojuma pievienoSana parasti ir Sadi posmi:

1 Parliecinieties, ka elektriska tikla raditaji atbilst iekartas
elektrotehniskajam prasibam.

2 Elektrisko vadu savienoSana ar aréjo bloku.

3 Elektrisko vadu savieno$ana ar iek$éjo bloku.

4 Pievienojiet pie elektriska tikla.

6.5.2 Piesardzibas pasakumi elektroinstalacijas
vadu uzstadiSanas laika

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoS$anas

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Uzstadisana

A BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA razotajam, td agentam vai
lidzigai kvalificétai personai.

A BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek$éjam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

A BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstradadjuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sikna baroSanas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

A BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo $adas caurules ir
loti karstas.

6.5.3 Norades par elektroinstalacijas vadu
pievienosanu
Neaizmirstiet talak minéto:
= Ja izmantojat no vairakam dzislam savitus vadus, tad vada gala
uzstadiet apalu apspaides tipa spaili. Uzstadiet apalu apspaides
tipa spaili uz vada I1dz pat izolacijai un ar piemérotu instrumentu
nostipriniet So spaili.

b a

a Savitais vads
b Apala apspaides tipa spaile

= Izmantojamas vadu ierikoSanas metodes:

PievilkSanas spéks

Vienums PievilkSanas spéks (N°m)

M4 (X1M) 1,2~1,5

Vada veids leriko§anas metode
Vienas dzislas vads cb
T
@ A

g—a a

a Savits vienas dzislas vads
b Skrave

¢ Plakana paplaksne

a bc

T - a

No vairakam dzislam
savits vads ar apalu
apspaides tipa spaili

a Spaile

b Skrive

c Plakana paplaksne
O Atlauts

X NAV atlauts

M4 (zemé&jums)

6.5.4 Standarta elektroinstalacijas komponentu
specifikacija

Detala

Starpsavienojuma kabelis
(iekSéjais<—argjais bloks)

4 dzislu kabelis, 21,5 mm?
un piemérots 220~240 V
spriegumam

6.5.5 Elektrisko vadu savienosana ar iekSéjo
bloku

Elektroinstalacija jaieriko saskana ar uzstadiSanas rokasgramatu un
valsts elektrotehnikas noteikumiem vai paredzétajam metodém.

1 Pakariniet iek8€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

a Montazas plate (piederums)
b Savienotajkabelis
¢ Vadu vadotne
2 Atveriet priek§€éjo paneli un péc tam apkopes vaku. Sk. 10.
lappusé "6.2.1 lek$g&ja bloka atvérSana".

3 levelciet starpsavienojuma kabeli no aréja bloka pa caurejosSo
sienas urbumu, caur iek$éja bloka aizmuguri un priekSpusi.
Piezime: Ja starpsavienojuma kabela galiem jau ieprieks ir

nonemta izolacija, tad aptiniet galus ar izolacijas lenti.

4 Uzlokiet uz augSu kabela galu.

@ PAZINOJUMS

Gadajiet, lai baroSanas lIinija un parraides Iinija batu
savstarpéji atdalitas. Parraides vadi un baro$anas vadi
var krustoties, bet NEDRIKST bt savstarpgji paraléli.

= Lai nepielautu elektriskos traucéjumus, starp abiem
vadiem vienmér jabat VISMAZ 50 mm atstarpei.

/_\ BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

—r T F—

a Spailu bloks
b Elektriska sadales karba
¢ Vadu turétajs

Nonemiet vadu galos izolaciju apméram 15 mm garuma.

Saskanojiet vadu krasas ar spailu numuriem uz iek$éja bloka
spailém un stingri pieskravéjiet vadus pie attiecigajam spailém.

7 Pievienojiet zemé&juma vadu pie attiecigas spailes.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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7 Konfiguracija

8 Stingri piestipriniet vadus ar spailu skrivém.

9 Paraustiet vadus, lai parliecinatos, ka tie ir droSi piestiprinati,
bet péc tam nostipriniet vadus ar vadu turétaju.

10 lzvietojiet vadus ta, lai varétu droSi uzlikt apkopes vaku, péc
tam aizveriet apkopes vaku.

o

0-

20

o=
@0

6.5.6 Papildu piederumu savienosana (lietotaju
saskarnes ierice ar vadu, centrala lietotaju
saskares ierice, bezvadu adapteris u.c.)

1 Nonemiet elektribas sadales karbas vaku (sk. 10. lappusé
"Elektribas sadales karbas nonemsana").

2 Pievienojiet starpsavienojumu kabeli pie savienotaja S21 un
ievelciet vadojumu, ka paradits Saja attéla.

a S21 vadojuma izvietojums bezvadu adapterim
b S21 vadojuma izvietojums citiem pielietojumiem
¢ S21 savienotajs

3 Uzlieciet atpaka| elektribas sadales karbas vaku un ievelciet
tam apkart vadojumu, ka paradits augstak attéla.

6.6 lekstelpu iekartas uzstadiSanas
pabeigSana

6.6.1 Drenazas caurulvada, aukstumagenta
caurulvada un savienotajkabela izoleSana

1 Péc drendzas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un
elektrisko vadu ievilk§8anas. Ar izolacijas lenti satiniet kopa
aukstumagenta caurules, savienotajkabeli un drenazas $|ateni.
Visu laiku tiniet vismaz ar lentes pusplatuma parlaidumu.

ab/
> o °

-
. om

Drenazas $|ltene

Savienotajkabelis

Montazas plate (piederums)

Aukstumagenta caurulvads

lek$éja bloka stiprindjuma skrive M4x12L (piederums)
Apak$€jais ramis

~0® Q0T O

6.6.2 Caurulvadu ievilk§ana sienas urbuma

1 Novietojiet aukstumagenta caurules pie atzimém uz montazas
plates.

Drenazas $|atene

Blivéjiet So atveri ar tepi vai blivéSanas materialu.
Vinila limlente

|1zolacijas lente

Montazas plate (piederums)

@ PAZINOJUMS

= NEDRIKST saliekt aukstumagenta caurules.

®OQ0TQ

= NEDRIKST piebidit aukstumagenta caurules pie lejas
karkasa vai pie priek$éja rezga.

2 levelciet sienas urbuma drenazas $|ateni un aukstumagenta
caurules.
6.6.3 Bloka piestiprinasana uz montazas plates

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

05

2 Ar abam rokam piespiediet bloka apak$éjo rami, lai to uzakétu
uz montazas plates apaksgjiem akiem. Parliecinieties, ka nekur
NETIEK saspiesti vadi.

Piezime: Uzmanieties, lai starpsavienojuma kabelis NEIEKERAS
iekséja bloka.

3 Ar abam rokam piespiediet iek$€ja bloka apaks$éjo malu, I1dz ta
stingri turas uz montazas plates akiem.

4 Piestipriniet iek$éjo bloku pie montdzas plates ar 2 ieksgja
bloka stiprindjumu skrivém M4x12L (piederumi).

7 Konfiguracija

71 Atskirigas adreses iestatiSana

Ja 2 iekSéjos blokus uzstada 1 telpa, tad 2 lietotaju saskarnes
iericém var iestatit atSkirigas adreses.

1 lznemiet lietotaja saskarnes ierices baterijas.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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8 Nodosana ekspluatacija

2 Parkniebiet adreses parvienojumu.

Parvienojums Adrese
Fabrikas iestatijums 1

Péc parkniebSanas ar 2
asknaiblém

a
S
it

a Adreses parvienojums

@ PAZINOJUMS

Rikojieties piesardzigi, lai NESABOJATU apkartéjas
detalas, kad parkniebjat adreses parvienojumu.

3 leslédziet stravas padevi.

Rezultats: lek$gja bloka aizvars atvérsies un aizvérsies, lai noraditu
atsauces stavokli.

INFORMACIJA

= FTXF-A blokiem $ie iestatijumi ir JAVEIC 5 minGsu
laika péc stravas padeves ieslég$anas.

= Ja jums NEIZDODAS laikus veikt $os iestatijumus, tad
izsleédziet stravas padevi, pagaidiet vismaz 1 mindti un
atkal ieslédziet stravas padevi.

4 Nospiediet vienlaikus:

INFORMACIJA

Ja iestatijumu NEIZDODAS veikt, kamér mirgo darbibas
indikators, tad atkartojiet iestatiS$anas procediru no
sakuma.

9 Kad iestatiS8ana pabeigta, nospiediet:

Modelis Poga

FTXP-L un ATXP-L Turiet nospiestu apméram
5 sekundes.

FTXF-A

Rezultats: Lietotdja saskarnes displeja paradisies iepriek$éja
izvélne.

8 Nodosana ekspluatacija

8.1 Parskats. Nodosana ekspluatacija

ON/OFF /7 1P

7

a Darbibas indikators
b lekséja bloka ON/OFF slédzis

8 Nospiediet iek§€ja bloka ON/OFF slédzi, kad mirgo darbibas
indikators.

Modelis Pogas Saja nodala aprakstita sistémas konfiguré$ana péc uzstadisanas.
FTXP-L un ATXP-L TEVe) s un Parasta darbpliisma
FTXF-A m,\ TEMP Ekspluatacijas uzsakSanai parasti ir $adi posmi:
‘ TEMPIun M 1  Parbauda "Kontrolsarakstu pirms ievades ekspluatacija".
5 Nospiediet: 2 Veic sistémas darbibas izméginajumu.
Modelis Poga . .
= 8.2 Kontrolsaraksts pirms ievades
FTXP-L un ATXP-L T o
ekspluatacija
FTXF-A )
Sistemu NEDRIKST darbinat, kamér nav parbauditas $§adas lietas:
6 Atlasiet: (] Esat izlasijis visus uzstadiSanas noradijumus, ka
aprakstits uzstaditaja atsauces rokasgramata.
Modelis Simbols [ | Vaiieksjie bloki ir pareizi uzstadt
FTXP-L un ATXP-L A
FTXF-A 7 n Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.
7 Nospiediet: ] Gaisa iepludel/izplade
Modelis Poga Parliecinieties, ka iekartas gaisa ieplides un izplades
FTXP-L un ATXP-L atveres NAV aizsprostotas ar papira lapam, kartonu vai
citu materialu.
FTXF-A ] Vai netrikst kadas fazes, vai nav kadasapgrieztas
fazes.
4 ) ] Dzeséjosas vielas caurules (gazes un S$kidruma) ir
termiski izolétas.
Drenaza
|-&—1—a L]
5N ) Gadaijiet, lai drenaza labi plastu.

lespéjamas sekas: Kondenséjies Udens var pilét.

(] Sistéma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir
pievilktas.

(] Drosinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek
uzstaditas atbilstosi $ai instrukcijai, un tas NEDRIKST
apiet .

] Stravas padeves spriegums atbilst iekartas

identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

] Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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9 Nodosana lietotajam

lek$é&jais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

Sledzu  karba NAV  valigu
bojatu elektrokomponentu.

savienojumu  vai

Vai ir pareiza kompresora izolacijas pretestiba.

iekStelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas
iekS8pusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulu.

EREER RN

NAV dzeséjosas vielas nopluzu.

Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes

un Skidruma) ir pilniba atverti.

8.3 Darbibas izméginajums

Priek$noteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
vértibam.

Priek$noteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesésanas vai
sildisanas rezima.

Priek$noteikums: Darbibas izméginasana javeic saskana ar
iek8éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
dros$iba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas rezima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperatdru. Sildisanas rezima iestatiet  augstako
ieprogramméjamo  temperatlru. Darbibas  izméginajumu
vajadzibas gadijuma var atspéjot.

2 Kad darbibas izméginajums ir pabeigts, iestatiet temperattru
normala Iimeni. DzeséSanas reZima: 26~28°C, sildiSanas
rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 minttes péc bloka izslégSanas.

8.3.1 Darbibas izméginasana ziemas sezona

Kad gaisa kondicionétaju nepiecieSams darbinat dzesé$anas
reZima ziema, pirms darbibas izméginaSanas veiciet $adus
iestatijumus.

FTXP-L un ATXP-L blokiem
1 Nospiediet (TEAm, @ un vienlaikus.
2 Nospiediet ﬂ@.
3 Atlasiet 7.
4 Nospiediet .
5 Nospiediet , lai ieslégtu sistému.

Rezultats: Darbibas izméginasanas procedira tiks automatiski
partraukta apméram péc 30 minatém.

6 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

FTXF-A blokiem

7 Nospiediet , lai ieslegtu sistému.

[ ~ W TEMP
8 Nospiediet ITEMP|, M un centru vienlaicigi.
9 Nospiediet divas reizes.

Rezultats: 7~

izméginasana.

paradas displeja. Ir iestatita darbibas

Rezultats: Darbibas izméginaSanas procedlra tiks automatiski
partraukta apméram péc 30 minatém.

10 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

INFORMACIJA

Darbibas izméginasanas rezima dazas funkcijas NAV
pieejamas.

Ja stravas padeve tiek partraukta sistémas darbibas laika, sistéma
automatiski atsak darbibu, kad tiek atjaunota stravas padeve.

9 Nodosana lietotajam

Kad parbaude ir pabeigta un iekarta darbojas pareizi, lGdzu,

nodroSiniet, lai lietotdjam butu skaidra talak sniegta informacija:

= Parliecinieties, vai lietotajs ir izdrukajis dokumentaciju, un ladziet
vinam to saglabat izmanto$anai nakotné. Informéjiet lietotaju, ka
pilniga informacija ir pieejama vietné, ka iepriek§ aprakstits Saja
rokasgramata.

= lzskaidrojiet lietotajam, ka pareizi darbinat sistétmu un kas jadara,
ja rodas problémas.

= Paradiet lietotajam, kadi iekartas apkopes darbi ir javeic.

10 Utilizacija
lekartas demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu parstrade ir
JAVEIC saskana ar attiecigo likumdo$anu.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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11 Tehniskie dati

11 Tehniskie dati

Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin timek|a vietné (publiski pieejama). Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir
pieejams Daikin artikla (ir nepiecieSama autentifikacija).

111

Elektroinstalacijas diagramma

Unificetas elektroinstalacijas shémas apziméjumi

Izmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augos$a seciba,

numurs parskata ir noradits zem simbola "*" ka dalas koda sastavdala.

s JAUDAS SLEDZIS D AIZSARGZEMEJUMS

- SAVIENOJUMS D AIZSARGZEMEJUMS (SKROVE)
—— ) D» SAVIENOTAJS @ TAISNGRIEZIS
L ZEME —a)— RELEJA SAVIENOTAJS
o ] AREJA ELEKTROINSTALACIJA I%‘ ISSLEGUMA SAVIENOTAJS
—+—F DROSINATAJS —O— SPAILE
_@_ IEKSEJAIS BLOKS (111 SPAILU JOSLA

INDOOR

._’D‘_ AREJAIS BLOKS o e VADU SPAILE
OUTDOOR

BLK : MELNS GRN : ZALS PNK ROZA WHT : BALTS

BLU : ZILS GRY : PELEKS PRP,PPL: PURPURKRASAS YLW : DZELTENS

BRN : BRUNS ORG : ORANZS RED SARKANS
AP IESPIEDSHEMA PS STRAVAS PADEVES SLEDZIS

BS* POGA [ESL./IZSL., IEDARBINASANAS SLEDZIS PTC* TERMOREZISTORS PTC

BZ, H'O ZUMMERIS Qr IZOLETA AIZVARA BIPOLARAIS TRANZISTORS
c : KONDENSATORS (IGBT)
AC*, ON*, E*, HA", HE*, HL*, HN", :  SAVIENOJUMS, SAVIENOTAJS QDI NOPLUDSTRAVAS AIZSARGSLEDZIS
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL PARSLODZES AIZSARGS
W, X*A, K'R_* M TERMISKAIS SLEDZIS

D*, VD DIODE R* REZISTORS

DB* DIOZU TILTS RT TERMOREZISTORS

DS* DIP SLEDZIS RC UZTVEREJS

E'H : SILDITAJS s*C ROBEZSLEDZIS

F*U, FU* (RAKSTURLIELUMIEM, :  DROSINATAJS s'L PLUDINSLEDZIS
SK. IESPIEDSHEMU S*NPH SPIEDIENA DEVEJS (AUGSTS)
JUSU BLOKA) S*NPL SPIEDIENA DEVEJS (ZEMS)

FG* SAVIENOTAJS (RAMJA ZEMEJUMS) S*PH, HPS* SPIEDIENA SLEDZIS (AUGSTS)

H TURETAJS S*PL SPIEDIENA SLEDZIS (ZEMS)

H*P, LED*, V'L KONTROLSPULDZITE, GAISMAS DIODE ST TERMOSTATS

HAP GAISMAS DIODE (APKOPES MONITORS ZALS) S*RH MITRUMA SENSORS

HIGH VOLTAGE AUGSTSPRIEGUMS S*W, Sw IEDARBINASANAS SLEDZIS

IES VIEDACS SENSORS SA*, F1S IZLADNIS

IPM* INTELIGENTAIS BAROSANAS MODULIS SR*, WLU SIGNALU UZTVEREJS

K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETISKAIS RELEJS ss* SELEKTORSLEDZIS

L ZEM SPRIEGUMA SHEET METAL SPAILU JOSLAS STIPRINAJUMA PLAKSNE
L TINUMS TR TRANSFORMATORS

L'R REAKTORS TC,TRC RAIDITAJS

M SOLU MOTORS VRV VARISTORS

MC KOMPRESORA MOTORS V'R DIOZU TILTS
MF VENTILATORA MOTORS WRC BEZVADU TALVADIBAS IERICE
M*P DRENAZAS SUKNA MOTORS X SPAILE
M*s AUTOMATISKAS LISTISU KUSTIBAS MOTORS XM SPAILU JOSLA (BLOKS)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISKAIS RELEJS Y'E ELEKTRONISKA PAPLASINAJUMVARSTA
N NEITRALE TINUMS
n=*, N=* FERITA SERDES TINUMU SKAITS Y'R, Y*S ATPLUDES ELEKTROMAGNETISKA VARSTA
PAM IMPULSU-AMPLITUDAS MODULACIJA TINUMS
PCB* IESPIEDSHEMA z°c FERITA SERDE
PM* BAROSANAS MODULIS ZF, Z°F TRAUCEJUMU FILTRS
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12 Glosarijs

12 Glosarijs

Izplatitajs
Attieciga produkta izplatitajs.

Pilnvarots uzstaditajs
Tehniski prasmiga persona, kas ir kvalificéta &1 produkta
uzstadisanai.

Lietotajs
Persona, kas ir 81 produkta Tpasnieks un/vai ekspluaté $o
produktu.

Piemérojama likumdosana
Visas starptautiskas, Eiropas, nacionalas un vietéjas
direktivas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un
izmantojami noteiktam produktam vai sférai.

Servisa uznémums
Kvalificéts uznémums, kas var veikt vai koordinét
nepiecieSamo iekartas remontu.

Uzstadisanas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota uzstadiSana, konfigurésana
un uzturésana.

Ekspluatacijas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota ekspluatacija.

Apkopes instrukcijas
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kurd izskaidrota (ja nepiecieSams)
uzstadisana, konfigurésana, ekspluatacija un/vai
uzturésana.

Piederumi
Uzlimes, rokasgramatas, informacijas lapas un aprikojums,
kas ieklauts iekartas komplektacija un kas ir jauzstada
atbilstosi pavadosaja dokumentacija sniegtajam
instrukcijam.

Papildu aprikojums
Aprikojums, kuru razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin,
un kuru iespéjams kombinét ar $o produktu atbilstosi
pavadosaja dokumentacija sniegtajam instrukcijam.

Aréjie piederumi
Aprikojums, kuru Daikin NERAZO un kuru var kombinét ar
izstradajumu saskana ar instrukcijam piegadataja
dokumentacija.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN
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