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Indholdsfortegnelse

8.3 Séadan udfgres en testkarsel ............ccccooiiiiiiiii 15
I n d h OIdeo rteg nelse 8.4 Der vises fejlkoder under testkarsel ... 16
9 Overdragelse til brugeren 16
1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 3 10 Bortskaffelse 16
1.1 10:: foku:etnftlloner}...é ....... N b | ............................... 2 11 Tekniske data 16
o Sydning at aQVarsier 6g SYMDOIEr.. s rwwrrssseee 111 LedningSdiagram..........c.ccccuceeeeecurueecececaeeeeeeseeese e e 17
1.2 Tilinstallat@ren ... 4
1.2.1 GENETEIE ... 4
1.2.2 Installationsstedet . 4
1.2.3  K@IEMIAAE! ... 4 1 Generelle
124 BIINE .ot 5 = =
oe v sikkerhedsforanstaltninger
2. AN, 5
1.2.6 EIEKESK ..o 5
2 Om dokumentationen 6 1.1 Om dOkumentationen
21 Om dette dokument................ocooiii 6 « Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
3 Om kassen 6 sprog er overszettelser.
3.1 Oversigt: Om KaSSEN.......ccooiiiiiiiccccicicc e 6 = De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
3.2 INAeNdBISENNEd ...........coovoviieieiiieiieeee e 7 meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.
3.2.1 Uldpakning 09 héndtering af enheden.........cccccoeves 7 « Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
322 Fjernelse af tilbeher fra indendgrsenheden................ 7 installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrerende
4 Om enheden og tilbehar 7 montering skal udfgres af en autoriseret monter.
4.1 Oversigt: Om enheden og tilbehar ..............ccccooiiiiiiiiii, 7 .
42 Systemopbygning........ 7 111 Betydning af advarsler og symboler
43 Kombination af enheder og muligheder ...............cccccoviiieinnnne 7 FARE
4.3.1 Muligt tilbeher til indendarsenheden.......................... 7 A
Angiver en situation, der resulterer i dedsfald eller alvorlig
5 Forberedelse 7 personskade.
5.1 Oversigt: Forberedelse.............coooiiiiiiiiiiiiiicicce 7
5.2  Forberedelse af installationssted 7 FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
521  Krav fil indendarsenhedens installationssted.............. 8 Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.
53 Forberedelse af kalerar.............cccoo i 8
531  Kravtil Kolersr.........cococovoveveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn 8 ‘Q FARE: RISIKO FOR FORBRZANDINGER
5.3.2 Isolering af kelergr ...... 9 . . . . . .
) Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger pa
54 Forberedelse af de elektriske ledninger ...........cccoceeviiieninns 9 ;
i ) grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.
54.1 Om forberedelse af de elektriske ledninger ................ 9
6 Installation 9 ‘@ FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
6.1 OVersigt: INStAllAtion ............oorrveeumereeerreeeeseeeeisseneeeeeenenns 9 Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.
6.2 Montering af indendgrsenheden 9
6.2.1 Forholdsregler ved montering af indendgrsenheden.. 9 A ADVARSEL
6.2.2  Retningslinjer ved montering af indendersenheden ... 9 Angiver en situation, der kan resultere i dedsfald eller
6.2.3  Retningslinjer ved montering af kanaler...................... 10 alvorlig personskade.
6.2.4 Retningslinjer ved montering af dreenrgr 11
6.3 FOrbiNAeISe af KBIETBr .........oovvveirreceeseveseeeoesssssssssssssssese 11 A ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE
6.3.1 Om tilslutning af kalerar............ccccooveiiiiiiiiie, 11
6.3.2 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af kelergr 12 ﬁ PAS PA
6.3.3 Retn!ngsI!nJ'er ved tl|.S|%JtnIng af kelergr.........cccccce. 12 Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
6.3.4 Retningslinjer for bajning af rar...........cccccovviiiiiinn. 12
moderat personskade.
6.3.5  Sadan opkraves rgrenden .............ccocceveeiiiiiieeenenns 12
6.3.6 Sadan loddes rarenden ...........c.ceeeiiiieninencenes 13 @ BEM/AERK
6.3.7 Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden........... 13 Angi . . K | . I
6.4 Tilslutning af de elektriske ledninger ......................... 13 ngzlv.er” enk Sdltuatlon, der kan resultere i udstyr eller
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

1.2 Til installateren

1.21 Generelt

Hvis du ikke er sikker pa, hvordan enheden skal installeres eller
betjenes, bedes du kontakte din forhandler.

@ BEMARK

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehgret kan resultere i elektrisk sted, Kkortslutning,
leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

ADVARSEL

Serg for, at installation, test og anvendte materialer er i
overensstemmelse med geeldende lovgivning (ud over
instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

PAS PA

Brug passende personlige vaernemidler (handsker,
sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse
og servicering af systemet.

ADVARSEL

Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem veek,
sa ingen, iseer ikke bern, kan lege med dem. Mulig risiko:
kvaelning.

B> Bl P

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

= Kalergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres
lige efter drift. De kan veere for varme eller for kolde.
Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du er ngdt til at rere ved delene, skal du bzere
beskyttelseshandsker.

B

= Kglemiddel, der treenger ud ved et uheld, ma IKKE
bergres.

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

A PAS PA

Ror IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa
enheden.

BEMAERK

= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

>

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

@ BEMARK

Arbejde pa udendgrsenheden udferes bedst i tervejr for at
undga indtraengen af vand.

Geaeldende lovgivning kan kreeve, at man stiller en logbog til radighed
sammen med produktet, der som et minimum indeholder:
oplysninger om vedligeholdelse, reparation, testresultater, standby-
perioder, ...

Som et minimum skal fglgende oplysninger findes pa et let
tilgeengeligt sted pa produktet:

= Instruktioner i nedlukning af systemet i tilfeelde af en ngdsituation
= Navn og adresse pa brandveesen, politi og hospital

= Navn, adresse samt dag- og nattelefonnumre til service

| Europa giver EN378 den ngdvendige vejledning for denne logbog.

1.2.2 Installationsstedet

= Serg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.

= Serg for, at installationsstedet holder til enhedens veegt og
vibrationer.

= Sgrg for, at omradet er godt ventileret. Blokér IKKE
ventilationsabningerne.

= Sgrg for, at enheden er i vater.

Enheden méa IKKE installeres pa fglgende steder:
= | eksplosionsfarlig atmosfeere.

= Pa steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske balger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet og
forarsage funktionsfejl i udstyret.

= Pa steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
anteendeligt stov.

= Pa steder, hvor der dannes etsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse pa kobberrgr eller loddede dele
kan medfere kalemiddel-laekage.

1.2.3 Kolemiddel

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatervejledningen vedrgrende dit anlaeg.

@ BEMAERK

Sgrg for, at kelergrsinstallationen er i overensstemmelse
med geeldende lovgivning. | Europa er EN378 den
geeldende standard.

@ BEM/ERK

Serg for, at rgr og forbindelser ikke udseettes for
belastning.

A ADVARSEL

Under test ma produktet ALDRIG seettes under hgijere tryk
end det maksimalt tilladte tryk (som angivet pa enhedens
typeskilt).

A ADVARSEL

Tag tilstreekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
kalemiddel. Hvis der opstar lsekage af kelemiddelgas, skal
omradet straks udluftes. Mulige risici:

= For hgje kelemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
fore til iltmangel.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis kalemidlet kommer
i kontakt med ild.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Tomning — kelemiddelaekage. Hvis du gnsker at tamme
systemet, og hvis der er en laekage i kelemiddelkredsen:

= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk temning,
ved hjeelp af hvilken du kan samle al kglemiddel fra
systemet i udendgrsenheden. Possible consequence:
Selvanteendelse og eksplosion i kompressoren pa
grund af, at der ftreenger luft ind i den kerende
kompressor.

= Brug et separat temmesystem, sa enhedens
kompressor IKKE behgver at kare.

Installatervejledning
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

A ADVARSEL

Kglemidlet skal altid genvindes. De ma IKKE slippes
direkte ud i miljget. Brug en vakuumpumpe til at temme
installationen.

BEMAERK

Nar alle rgr er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gasleekager. Brug nitrogen til at registrere
gasudslip.

BEMARK

= For at undga, at kompressoren gdelaegges, ma der
IKKE péafyldes mere end den specificerede maengde
kolemiddel.

= Nar kglesystemet abnes, skal kglemidlet behandles i
henhold til geeldende lovgivning.

A ADVARSEL

Sorg for, at der ikke er ilt i systemet. Kglemidlet ma forst
pafyldes efter udferelse af testhedsprevning og
vakuumtarring.

= Huvis det er ngdvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne pa
enhedens fabriksskilt. Her er der anfert typen af kelemiddel og
den ngdvendige maengde.

= Enheden er pafyldt med kelemiddel fra fabrikken, og aftheengigt af
rorstgrrelser og rerleengder kreever nogle systemer yderligere
pafyldning af kelemiddel.

= Brug kun veerktgj, der passer til det kelemiddel, som anvendes i
systemet, for at opretholde trykket og for at hindre, at
fremmedlegemer treenger ind i systemet.

= Pafyld flydende kelemiddel pa falgende made:

Hvis Sa
Der findes en haevertslange

Pafyldning med opretstaende

(dvs. at cylinderen er meerket cylinder.

med "Liquid filling siphon
attached" / "monteret haevert til
vaeskepafyldning")

Der findes IKKE en heevertslange |Pafyldning med cylinderen drejet

omkring.

= Pafyld kelemidlet i vaeskeform. Pafyldning i gasform kan hindre
normal drift.

A PAS PA

Efter afsluttet pafyldning af kelemiddel, eller ved pauser
under pafyldningen, skal ventilen til kglemiddeltanken
lukkes med det samme. Hvis ventilen ikke lukkes med det
samme, kan det resterende tryk pafylde yderligere
kelemiddel. Possible consequence: Forkert maengde
kalemiddel.

= Man skal abne kglemiddelcylindre langsomt.

1.24 Brine

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatgrvejledningen for anvendelsen.

A ADVARSEL

Valget af brine SKAL veere i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

A ADVARSEL

Tag tilstraekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
brine. Hvis der opstar laekage af brine, skal du straks
udlufte omradet og kontakte din lokale forhandler.

A ADVARSEL

Den omgivende temperatur inde i enheden kan blive
meget hgjere end i rummet, f.eks. 70°C. Ved leekage af
brine kan varme dele inde i enheden skabe en farlig
situation.

A ADVARSEL

Brug og installation af programmet SKAL overholde de
sikkerheds- og miljgmeessige foranstaltninger, der er
angivet i geeldende lovgivning.

1.2.5 Vand

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatervejledningen vedrgrende dit anlaeg.

@ BEM/AERK

Sgrg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

1.2.6 Elektrisk

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Sla al stremforsyning FRA, fer du fierner el-boksens
dzeksel, der forbinder elekiriske ledninger, eller rgrer
ved elektriske dele.

= Afbryd stremforsyningen i mere end 1 minut, og mal
spaendingen over terminalerne pa hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter far
servicering. Speendingen SKAL veere mindre end
50 V DC, fer du kan rgre ved elekiriske komponenter.
Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade
haender.

= Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

A ADVARSEL

Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsfgringen ved
overspending i henhold til relevant lovgivning
(overspeendingskategori Ill), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.
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2 Om dokumentationen

A ADVARSEL

Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsfgringen pa stedet er i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

Al ledningsfering pa installationsstedet skal udferes i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.

Kabelbundter ma ALDRIG presse sammen, og du skal
sgrge for, at de ikke kommer i kontakt med rer og
skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Serg for at installere jordledning. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldstaendig
jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

Serg for at bruge en seerskilt stramkreds. Brug ALDRIG
en stremforsyning, der deles med et andet apparat.

= Sgrg for at installere de pakraevede sikringer eller
afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstramsafbryder. | modsat
fald kan der opsta elektrisk stad eller brand.

Ved installation af fejlstremsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstramsafbryderen aktiveres ungdigt.

@ BEMAERK

Forholdsregler ved fgring af stremfarende ledninger:

= Forbind ikke ledninger med forskellig tykkelse med den
samme  stremfgrende  klemraekke (hvis  ikke
stremfgrende ledninger sidder fast, kan det forarsage
unormal varmedannelse).

= Se figuren nedenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.

_—
( J ([ o ([ )
(1| o

O X X

= Brug egnede strgmforsyningsledninger til
ledningsfering og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemreekken ikke udseettes for ekstern belastning.

= Brug en passende skruetreekker til stramning af
terminalskruerne. En skruetreekker med et lille hoved vil
gdelaegge terminalskruen, som sa ikke kan speendes
korrekt.

= Hvis man speender terminalskruerne for hardt, kan de
blive gdelagt.

Installér stremforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne
kan en afstand pa 1 meter vaere utilstraekkelig.

ADVARSEL

= Efter udferelsen af det elektriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.

= Sprg for, at alle deeksler er lukket, for enheden startes
op.

@ BEMARK

Kun geeldende, hvis stremforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
stremsvigt, eller hvis streammen kommer og gar, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive gdelagt.

2 Om dokumentationen

21 Om dette dokument

INFORMATION

Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Malgruppe

Autoriserede installatarer

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmzessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationsseet

Dette dokument er en del af et dokumentationsseet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du skal leese for installation
= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)
= Installationsvejledning for indendersenhed:
= Installationsvejledning
= Format: Papir (i kassen til udendersenheden)
= Installatervejledning:
= Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata ...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfolgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.

Tekniske data

= Et delseet af den seneste tekniske dokumentation er tilgeengeligt
pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

3 Om kassen

3.1 Oversigt: Om kassen

Det indeholder oplysninger om:
= Udpakning og handtering af enhederne
= Fjernelse af tilbehar fra enhederne

Veer opmaerksom pa felgende:

Installatervejledning
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4 Om enheden og tilbehor

= Ved leveringen skal enheden kontrolleres for skader. Eventuelle
skader skal straks anmeldes til transportfirmaet.

= Anbring den emballerede enhed sa taet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

3.2 Indendgrsenhed

3.21 Udpakning og handtering af enheden

Brug en slynge af blgdt materiale eller beskyttelsesplader sammen
med et reb, nar du lgfter enheden. Dette geres for at undga at
beskadige eller at ridse enheden.

Lgft enheden ved at holde pa lgftegsknerne uden at udgve tryk pa
andre dele, seerlig kalergrene, draenrgrene og andre dele af harpiks.

3.2.2 Fjernelse af tilbehor fra
indendgrsenheden

Installationsvejledning
Betjeningsvejledning

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Spaendeskiver til haengebeslag
Skruer til kanalflanger

Spaendeband

Isoleringspude: lille og stor
Dreenslange

Teaetningsmateriale

Isoleringsdel: Lille (vaeskerar)
Isoleringsdel: Stor (gasrer)
Kabelbindere

Fastgerelsesplade til brug med skive
Luftfilter

53 X —TQ w0 Q2O0CTD

4 Om enheden og tilbehgr

41 Oversigt: Om enheden og tilbehor
Dette afsnit indeholder oplysninger om:
= Kombination af udendgrs- og indendarsenheder

= Kombination af indendgrsenheden med ekstraudstyr

4.2 Systemopbygning

Indendgrsenhed

Udendgrsenhed

Brugerinterface

Indsugningsluft

Afgangsluft

Kolergr + kabel til indbyrdes forbindelse
Dreenrgr

Jordforbindelse

STQ D Q0T QD

4.3 Kombination af enheder og
muligheder

4.31 Muligt tilbehor til indendgrsenheden

Sgrg for at felgende ekstraudstyr er tilgeengeligt:

= Brugerinterface: Ledningsforbundet eller tradlgst (se kataloger og
teknisk litteratur ved valg af et passende brugerinterface)

5 Forberedelse

5.1 Oversigt: Forberedelse

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, far man
pabegynder monteringen.

Det indeholder oplysninger om:

= Klargering af installationsstedet

= Klargering af kelergr

= Klarggring af elektriske ledninger

5.2 Forberedelse af installationssted

= Serg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.

= Veelg et installationssted med tilstraekkeligt plads til at beere
enheden ud og ud fra stedet.

FDXM25~60F3V1B
Klimaanleeg i opdelt system
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5 Forberedelse

A ADVARSEL

Klimaanleegget ma IKKE installeres pa steder, hvor der er
fare for, at anteendelige gasser kan leekke. Hvis der laekker
antendelige gasser omkring klimaanlaegget, kan dette
medfgre brand.

5.2.1 Krav til indendersenhedens
installationssted

INFORMATION

Lees ogsa folgende krav:

= Generelle krav til installationssted. Se kapitlet
“Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

= Krav til kglergr (laengde, hgjdeforskel). Se yderligere i
dette kapitel “Forberedelse”.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

BEMARK

Udstyret, der beskrives i denne manual, kan danne
elektrisk stgj pa grund af hgjfrekvent energi. Udstyret lever
op til forskrifter vedrgrende en fornuftig beskyttelse mod
denne stgj. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme stgj ved nogle installationer.

Det anbefales derfor, at man installerer udstyr og elektriske
ledninger med en vis afstand til stereoanleeg, pc'er osv.

Installér strgmforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne
kan en afstand pa 1 meter veere utilstreekkelig.

* Fluorescerende lys. Nar man installerer et tradlgst
brugerinterface i et rum med fluorescerende lys, skal man veere
opmaerksom pa felgende for at undga interferens:

= Installér det tradlese brugerinterface sa tet pa
indendgrsenheden, som muligt.

= Installér indendgrsenheden sa langt fra det fluorescerende lys,
som muligt.

= Signalmodtager med
installeres:

indbygget temperaturfeler skal

= teet pa luftindtaget (hvis ikke det er muligt, skal den monteres
1,5 m over gulvet)

= pa et sted, som ikke er udsat for kold eller varm luft.
= hvor signalet ikke blokeres af gardiner osv.

= Serg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfeelde af en laekage.

= Veelg en placering, hvor lyden af den varme/kolde luft, der ledes
ud fra enheden, og driftsstgjen IKKE generer nogen.

A ADVARSEL

Anbring IKKE genstande under indendgrs- og/eller
udendaersenheden, som ikke ma blive vade. Kondens pa
hovedenheden eller kolergrene, snavs i luftfiliret eller
tilstopning af afleb medfgre dryp. Det resulterer i, at
genstanden under enheden tilsmudses eller svigter.

= Luftstrem. Sgrg for, at luftstrammen ikke blokeres.
= Draen. Serg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud.

= Loftsisolering. Det er ngdvendigt med ekstra isolering
(minimumstykkelse pa 10 mm, polyethylenskum), hvis
omgivelsesbetingelserne under loftet overskrider 30 C og en
relativ luftfugtighed pa 80%, eller hvis der suges frisk luft ind i
loftet.

= Beskyttelsesafskarmninger. Serg for at montere
beskyttelsesafskeermninger pa suge- og afgangssiden, sa man
ikke kan bergre varmevekslerens blaeservinger.

Enheden ma IKKE installeres pa fglgende steder:

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i
atmosfeeren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medfare vandlaekage.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa felgende steder, da det
kan forkorte enhedens levetid:

= Hvis der er store spaendingsudsving

= | keretgjer eller pa skibe

= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe
= Brug ophangningsbolte til installationen.

= Afstand. Veer opmeerksom pa felgende krav:

Y
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A Min. afstand til gulv:

2.7 m for at undga utilsigtet bergring.

2.5 m hvis bleeseren er tildeekket (f.eks. saenket loft,
gitter...)

Styreboks

Ngdvendig afstand for service

Loft

Gulvoverflade

Bestem dimensionen ved at lave et fald pa minimum 1/100

®Q0TOQ

5.3 Forberedelse af kaleror

5.31 Krav til keleror

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

Kolergrsmateriale

= Rormateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.

= Haerdningsgrad for rer og vaegtykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse ()@
diameter (9)
6,4 mm (1/4") Udgledet (O) >0,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") h

(a) Afheengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det
veere ngdvendigt at anvende rgr med en starre
vaegtykkelse.

Diameter koleroar

Brug samme diameter  som pa
udendgrsenhederne:

forbindelserne pa
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6 Installation

Model L1 vaeskeror L1 gasrer
FDXM25+35 06,4 9,5
FDXM50+60 26,4 12,7

5.3.2 Isolering af koleror

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverfgrselshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemodstand pa mindst 120°C

= |soleringstykkelse

Rer udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse
diameter (3,) diameter (9)) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
k W) t
&

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst vaere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

54 Forberedelse af de elektriske
ledninger

5.4.1 Om forberedelse af de elektriske
ledninger

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

A ADVARSEL

= Hvis stremforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive gdelagt.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrgr, en afleder til stedstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

= Installer de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rgr,
iseer i hgjtrykssiden.

= Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertradede  ledninger,  forleengerledninger  eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forarsage
overophedning, elektrisk stgd eller brand.

Installer IKKE en fasefgrende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En fasefgrende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forarsage
ulykker.

A ADVARSEL

= Al ledningsfering skal udfgres af en autoriseret
elektriker og skal overholde den gaeldende lovgivning.

= Foretag elektrisk tilslutning til det fastmonterede
ledningsnet.

= Alle komponenter, der indkgbes pa stedet, samt alle
elektriske anlaeg skal overholde gaeldende lovgivning.

6 Installation

6.1 Oversigt: Installation

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, far man
installerer systemet pa brugsstedet.

Typisk arbejdsgang

Installation bestar typisk af felgende trin:

= Montering af udendgrsenheden.

= Montering af indendgrsenheden.

= Tilslutning af kelergr.

= Kontrol af kelergr.

= Pafyldning af kelemiddel.

= Tilslutning af el-ledninger.

= Feerdiggerelse af udendgrs installation.

= Feerdiggerelse af indendgrs installation.

INFORMATION

Dette afsnit omhandler udelukkende installation af
indendgrsenheden. For anden instruktion, se:

= Installationsvejledningen til udendgrsenheden
= Installationsvejledningen til brugerinterfacet

= Installationsvejledningen til ekstraudstyr

6.2 Montering af indendersenheden

6.2.1 Forholdsregler ved montering af
indendgrsenheden

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i felgende afsnit:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

6.2.2 Retningslinjer ved montering af
indendogrsenheden

INFORMATION

Ekstraudstyr. Laes ogsa installationsvejledningen til
ekstraudstyret, nar det installeres. Afhaengig af
betingelserne pa brugsstedet kan det vaere lettere at
installere ekstraudstyret farst.

= Loftets baereevne. Undersgg, om loftet er staerkt nok til at beere
veegten af enheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal loftet
forsteerkes, fer enheden installeres.

= Brug forankringer i eksisterende lofter.

= Ved nye lofter bruges undersaenkede holdedele eller
forankringer eller andre dele, der anskaffes lokalt.

= Ophangningsbolte. Brug W3/8 M10 opheaengningsbolte til
installationen. Fastger haengebeslaget til opheengningsbolten.
Serg for at fastgere det sikkert med en meatrik og en skive pa
over- og undersiden af haengebeslaget.

FDXM25~60F3V1B
Klimaanleeg i opdelt system
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6 Installation

SN

= Loftshullets mal. Sgrg for, at loftsabningen er inden for falgende
graenser:

iy \ a Luftindtag
b Luftafgang
¢ Indsugningsgitter
5 Montér luftfilteret (tilbehgr) ved at trykke ned pa krogene (2
kroge til 25+35 type, 3 kroge til 50+60 type).
Indsugning i bunden
f,
f I
€1 50 d
620
= Installér enheden midlertidigt.
Klasse A (mm) B (mm) ) )
FDXM25+35 740 790 6 Fastger haengebeslaget til ophaengningsbolten.
FDXM50+60 1140 1190 7 Fastger enheden sikkert.

= | vater. Sgrg for, at enheden er nivelleret i alle fire hjgrner med et

a1 Motrik (medfolger ikke) vaterpas eller en vandfyldt vinylslange.

a2 Dobbelt matrik (medfalger ikke)
b Skive (tilbeher)
¢ Heengebeslag
d Styreboks
e Afstand mellem ophaengningsboltene
f Mal generelt

= Eksternt statisk tryk. Se den tekniske dokumentation for at sikre,
at enhedens eksterne statiske tryk ikke overskrides.

- Loftsabning. (loft med abning til installation) 2 {/Y:;ﬁ;r
1 For alle rgr og ledninger gennem enhedens huller til rgr og 8 Speend den overste motrik
ledninger. ]
2 Kontrollér, at loftet er i vater. @ BEMARK

Installér IKKE enheden skrat. Possible consequence:
Hvis enheden er vippet mod aflgbsretningen for
kondensvand (siden med dreenrgret er lIgftet), kan
svgmmerafbryderen fungere forkert og forarsage, at vand
drypper ned.

= Installationseksempel:

6.2.3 Retningslinjer ved montering af kanaler

s fgﬁ?ﬁ:& Kanalerne medfglger ikke.
3 (L)ar;? motrik el:;arltstrammemmnk = Luftindtagsside. Montér kanalen og flangen pa indgangssiden
e mZﬁ"j’;’Qﬁﬁeg ]Slmedfﬁlger ikke). Brug 7 medfelgende skruer til tilslutning af
angen.
= Montér indsugningsgitter og luftfilter (tilbeheor) ved indsugning

i bunden: ? ll) ¢ ? ?

3 Fjern indsugningsgitteret. @ I &?ﬂ
e GRS

d e e d

Tilslutningsskrue (medfglger ikke)
Flange (medfalger ikke)
Hovedenhed

Isolering (medfalger ikke)
Alu-tape (medfelger ikke)

©OQ 0T O

= Filter. Man skal montere et luftfilter inde i Iuftpassagen pa
indgangssiden. Brug et luftfilter, hvis stgvsamlingseffektivitet er
mindst 50% (gravimetrisk). Det medfglgende filter anvendes ikke,
nar indsugningskanalen monteres.

4 Montér det fiernede indsugningsgitter.

Installatarvejledning DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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6 Installation

= Luftafgangsside. Tilslut kanalen, sa den passer til flangen pa
afgangssiden.

= Luftlekager. Man skal vikle alu-tape omkring forbindelsen
mellem indgangssidens flange og kanalen. Veer sikker pa, at der
ikke leekker luft ved andre samlinger.

= Isolering. Isolér kanalen for at hindre kondensdannelse. Brug
25 mm tyk glasuld eller polyethylenskum.

6.2.4 Retningslinjer ved montering af dreenrer

Generelle retningslinjer

= Draenpumpe. Pa denne type med "hgj stigning" reduceres
dreenstgjen, nar dreenpumpen installeres hgjere. Anbefalet hgjde
er 300 mm.

= Rerlaengde. Hold draenrgret sa kort som muligt.

= Rorstorrelse. Sgrg for, at rerledningstykkelsen er lig med eller
storre end tykkelsen p& forbindelsesrgret (vinylrer med en
nominel diameter pa 20 mm og udvendig diameter pa 26 mm).

= Haeldning. Dreenrgret skal have et fald (pa minimum 1/100) for at
forebygge luftliommer. Anvend ophaengningssteenger som vist.

e

a Ophaengningsstang
O Tilladt
X Ikke tilladt

= Kondensdannelse. Traef forholdsregler mod kondensdannelse.
Isoler alle dreenrgr i bygningen.

Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden

@ BEMARK

Forkert tilslutning af dreenslangen kan medfere leekage
samt beskadigelse af installationsstedet og omgivelserne.

1 Skub dreenslangen sa langt ind over samledelen, som muligt.

2 Speend metalspaendebandet, indtil skruehovedet er mindre end
4 mm fra metalspaendet.

Kontrollér for vandlaekage (se Kontrol af vandleekage).
Montér isoleringsdelen (dreenrgr).

Leeg den store isoleringspude (= isolering) omkring
metalspaendebandet og dreenslangen, og fastger den med
kabelbindere.

6 Forbind draenslangen med dreenrgret.

d f
| 5 6

2-c
{|4 2
Rl

e (7o
| "

a Draenrorsforbindelse (monteret pa enheden)
b Dreenslange (tilbehar)
¢ Metalspaendeband (tilbeher)

d Stor isoleringspude (tilbehgr)
e Isoleringsdel (dreenrar) (tilbehor)
f Dreenrer (medfalger ikke)

@ BEMAERK

= Fjern IKKE draenrgrets prop. Der kan treenge vand ud.

= Dreenafgangen anvendes kun til at lede vandet ud, hvis
dreenpumpen ikke anvendes eller inden
vedligeholdelse.

= Montér dreenrgrets prop forsigtigt. Hvis der bruges
magt, kan dreenhullet og aflgbsbakken deformere.

Treek proppen ud.
= Bevaeg IKKE proppen op og ned.

Skub proppen i.

= Seaet proppen i og skub den ind med en stjerneskruetraekker.

a Aftapningsprop
b  Stjerneskruetraekker

Kontrol af vandlakage

Heeld gradvist ca. 1 liter vand ind i aflgbsbakken for at kontrollere for
vandleekage.

a
b
d e

c

a Luftafgang

b Transportabel pumpe

¢ Spand

d Kolerar

e Draenudtag

6.3 Forbindelse af koleror

6.3.1 Om tilslutning af kelerer

Fer tilslutning af keleror

Udendgrsenheden og indendgrsenheden skal vaere monteret.
Typisk arbejdsgang

Tilslutning af kelergr omfatter:

= Tilslutning af kelergrene til udendgrsenheden

= Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden

= Isolering af kelergr

FDXM25~60F3V1B
Klimaanleeg i opdelt system
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6 Installation

= Se retningslinierne for:
= Bgjning af ror
= Opkravning af rerender
= Lodning

= Brug af speerreventilerne

6.3.2 Forholdsregler i forbindelse med
tilslutning af koeleror

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

PAS PA

= Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.

B> B

= Montér ALDRIG en tgrreenhed pa denne enhed for at
forleenge dens levetid. T@rrematerialet kan nedbryde
og @gdeleegge systemet.

BEMAERK

Tag felgende forholdsregler for kglergr:

= Undga, at andet end det angivne kglemiddel blandes
ind i kalergrsystemet (f.eks. luft).

= Brug kun R32 eller R410A®), nar du tilferer kelemiddel.

= Brug kun installationsveerktgj (f.eks. manifoldmalesaet),
der udelukkende anvendes til R32 eller R410A®
installationer, for at kunne modsta trykket og forhindre
fremmed materiale (f.eks. mineralske olier og fugt) i at
blive iblandet systemet.

Installer regrene, sa kraverne IKKE udseettes for
mekanisk belastning.

Beskyt rarene, som beskrevet i den folgende tabel, for
at undga fugt, smuds osv. i at treenge ind i rarene.

Pas pa ved fering af kobberrgr gennem veaegge (se
billedet nedenfor).

Se specifikationerne for udendgrsenheden
vedrgrende den type kelemiddel, der skal anvendes.

(a) Se specifikationerne for udendersenheden vedrgrende den
type kelemiddel, der skal anvendes.

X & X

Enhed Installationsperiode | Beskyttelsesmetode
Udendgrsenhed >1 maned Klem rgret
<1 maned Klem eller tape roret
Indendgrsenhed Uanset perioden

INFORMATION

Abn IKKE stopventilen til kalemiddel, far du har kontrolleret
kolergrene. Nar der skal pafyldes ekstra kolemiddel,
anbefales det at abne stopventilen til kalemiddel efter
ladningen.

6.3.3 Retningslinjer ved tilslutning af keleror

Tag felgende retningslinjer i betragtning ved sammenfgjning af ror:

= Daek opkravningens indvendige overflade med eeterolie eller
esterolie, nar du forbinder en brystmgtrik. Speend 3 eller 4
omgange i handen, fer du spaender helt fast.

— v
RN
|
/

= Brug altid 2 nggler sammen ved lgsning af en brystmatrik.

= Brug altid en skruenggle og en momentnggle sammen for at
stramme brystmgtrikken ved sammenfgjning af rer. Formalet er at
forhindre revner i mgtrikken og utaetheder.

a Momentnagle

b  Skruenggle

¢ Rerforskruning

d Brystmeatrik

Rorstorrelse | Tilspandings Dimension Kraveform
(mm) moment (N°m) | krave (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 90*245
29,5 33~39 12,8~13,2 S
@12,7 50~60 16,2~16,6
~F

6.3.4 Retningslinjer for bgjning af ror

Brug en rarbgjer til bgjning. Alle rerbgjninger skal udferes sa
forsigtigt som muligt (bgjeradius skal veere 30~40 mm eller mere).

6.3.5 Sadan opkraves rgrenden

PAS PA
= Forkert udvidelse af rer kan medfere kolegas-laskage.

» Genbrug IKKE regrkraver. Brug nye rgrkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.

= Brug de brystmgtrikker, der falger med enheden. Brug
af andre  brystmgtrikker kan  medfgre, at
kalemiddelgassen leekker.

1 Skeer rgrenden med en rarskeerer.

2 Fjern graterne med skaerefladen vendt nedad, sa spanerne ikke
kommer ind i roret.

1

a—/ \b

a Skeeringjagtig lige vinkler.
b Fjern grater.

3 Fjern brystmatrikken fra spaerreventilen og seet brystmeatrikken
pa roret.

4 Udvid rgret. Placer den ngjagtigt i den position, der er vist i
felgende illustration.

2
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6 Installation

Kravevaerktgj til Almindeligt kravevaerktoj
R410A eller R32 Koblingstype | Vingemeotriktype
(koblingstype)
(Ridgid-type) (Imperial-type)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollér, at udvidelsen af rgret er udfart korrekt.
Py

a—F—

Opkravningens indvendige overflade skal vaere fejlfri.
Reret skal vaere udvidet ens i en perfekt cirkel.
¢ Kontrollér, at brystmgtrikken er monteret.

T o

6.3.6 Sadan loddes rgrenden

Indenders- og udendgrsenheden har kraveforbindelser. Tilslut
begge ender uden lodning. Hvis der er behov for lodning, skal der
tages hgjde for fglgende:

= Indblees kveelstof ved lodning, hvilket forhindrer, at der dannes
store maengder oxideret film pa indersiden af rgrene. Denne film
kan pavirke ventiler og kompressorer i kalesystemet negativt og
medfgre, at anleegget ikke fungerer korrekt.

» Man skal med en trykreduktionsventil indstille kveelstoftrykket til
20 kPa (0.2 bar) (lige nok til, at man kan maerke det pa huden).

a b c d e
—=f > '//////,L m

Kolerar

Del, som skal loddes
Omvikling

Manuel ventil
Trykreduktionsventil
Kveelstof

~0® Q0T O

= Brug IKKE antioxidanter ved lodning af rersamlingerne.
Rester herfra kan tilstoppe rgrene og gdeleegge udstyret.

= Brug IKKE flusmiddel ved lodning af kobber-kobber kglergr. Ved
lodning skal man anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP),
som ikke behgver flusmiddel.
Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kelergrene. Hvis man
eksempelvis bruger klorinbaseret flusmiddel, vil det medfere
rgrkorrosion, eller det vil beskadige kaleolien, hvis flusmidlet
indeholder fluor.

6.3.7 Tilslutning af kelererene til
indendgrsenheden

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

R32 kglemidlet (hvis relevant) i denne enhed er let
anteendeligt.®

Gasrer
Veeskergr

W >

Isoleringsmateriale (medfalger ikke)

Kabelholdere (tilbehgr)

Isoleringsdel: Stor (gasrer), lille (vaeskerer) (tilbehar)
Brystmeatrik (monteret pa enheden)

Kolergrsforbindelse (monteret pa enheden)

Enhed

Isoleringspuder: Medium 1 (gasrer), medium 2 (vaeskergr)
(tilbeher)

Q00T OQ

Semmen pa isoleringsdelene skal pege opad.
Monteres i bunden af enheden.

Stram kabelbinderne pa isoleringsdelene.
Pak ind fra enhedens bund og op til toppen af
brystmeatrikken.

@ BEMAERK

Sgrg for at isolere alle kglergr. Enhver fritiggende del af
rgrene kan medfgre kondensdannelse.

BWN =

6.4 Tilslutning af de elektriske
ledninger

6.4.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger
Typisk arbejdsgang

Tilslutning af el-ledningerne bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrollér, at stremforsyningen passer med de elektriske
specifikationer pa enhederne.

2 Tilslutning af el-ledninger til udendgrsenheden.
3 Tilslutning af el-ledninger til indendgrsenheden.
4 Tilslutning af den primzere stremforsyning.

6.4.2 Forholdsregler ved tilslutning af de
elektriske ledninger

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

(a) Se specifikationerne for udendgrsenheden vedrgrende den
type kelemiddel, der skal anvendes.

* Rerlaengde. Hold draenrgret sa kort som muligt.

= Kraveforbindelser. Tilslutning af kelergr til enheden med
kraveforbindelser.

= Isolering. Isolér kglergrene pa indendgrsenheden pa folgende
made:

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

A ADVARSEL

Hvis strgmforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes
af producenten, dets forhandler eller andre kvalificerede
personer for at undga en ulykke.

B> B

6.4.3 Retningslinjer ved tilslutning af de
elektriske ledninger

Veer opmaerksom pa felgende:

FDXM25~60F3V1B
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6 Installation

= Hvis der bruges ledninger med flertradet leder, skal du installere
en rund terminal af crimp-typen pa spidsen. Seet den runde
terminal af crimp-typen pa ledningen op til den daekkede del, og
fastger terminalen med det korrekte vaerktgj.

b a

a Ledning med flertradet leder
b Rundt stik af crimp-typen

= Brug felgende metoder til installation af ledninger:

Ledningstype Installationsmetode

d Tilslutning af ledning til brugerinterface
e Teetningsmateriale (tilbehgr)

f Abning til kabler

g Ledning

2 Kabel til brugergraenseflade: For kablet gennem rammen,

tilslut det til klemraekken, og fastger det med kabelbindere.

3 Kabel til indbyrdes forbindelse (indendgrs<—udenders): For

kablet gennem rammen, tilslut det til klemraekken (kontrollér, at
tallene passer med tallene pa udendegrsenheden, og tilslut
jordlederen), og fastger det med kabelbindere.

4 Montér kablerne med teetningsmateriale (tilbehar), sa der ikke

lgber vand ind i enheden. Luk alle spreekker, sa der ikke
treenger sma dyr ind i systemet.

Ledning med massiv cb
leder |_| AA’
O =
—a a

a Snoet ledning med massiv leder
b Skrue
c Flad skive

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

Lo o]

cb a bc

Ledning med
flertradet leder med
rund terminal af
crimp-typen

a Terminal
b Skrue

c Flad skive

6.4.4 Tilslutning af de elektriske ledninger pa
indendgrsenheden

Det er vigtigt, at man holder streamforsyningsledninger og
transmissionsledning adskilt. For at undgé elektrisk interferens skal
afstanden mellem disse ledninger altid veere mindst 50 mm.

@ BEMARK

Segrg for at holde stremforsyningskablet og
transmissionsledningen fri af hinanden.
Stremforsyningskablet og transmissionsledningen ma
krydse hinanden, men de ma ikke Igbe parallelt.

1 Fjern servicedaekslet.

Udvendigt pa enheden

Inde i enheden

Daeksel styreboks

Tilslutning af kabel til indbyrdes forbindelse (inklusive
jordledning)

¢ Ledningsdiagram

oo 0>

Indenders printkort (ASSY)

Stremforsyning og jordledning
Transmissionsledning og ledning til brugerinterface
Klemmer

ooTo >

5 Seet servicedeekslet pa igen.

1~ 50 Hz
220-240V

e

Kabel til indbyrdes forbindelse
Stremforsyningskabel
Fejlstromsafbryder

Sikring

Brugerinterface

®QO0T O
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7 Konfiguration

6.4.5 Specifikationer for n Sikringerne eller lokalt installerede
standardledningskomponenter beskyttelsesanordninger er installeret i henhold til dette
dokument og er ikke blevet tilsidesat.
Komponent Specifikation O Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
Kabel til indbyrdes forbindelse Minimum kabelstgrrelse pa angivet pa enhedens identifikationsmzerkat.
(indendgrs«>udendegrs) 2,5 mm?, kan anvendes til ] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
230V elektriske komponenter i elboksen.
Kabel til brugergreenseflade Vinylledning med 0,75 til Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.
1,25 mm? kappe eller kabel (2 L]
ledere) ] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
Maksimum 500 m ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.
[] Der er INGEN lakage af kelemiddel.
7 Konfiguration ] Pen korrekte rerstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.
. . (] Stopventilerne (gas og vaeske) pa udendgrsenheden er
71 Indstillinger pa brugsstedet helt &bne.

Foretag falgende brugsstedsindstillinger, sa de svarer til den faktiske
installation og til brugerens behov:

= Indstilling af eksternt statisk tryk. Se teknisk dokumentation
vedrgrende omrade for indstilling af enhedens eksterne statiske
tryk.

= Ved varmepumpe. Hvis der er fodkoldt, nar varmefunktionen
anvendes, skal man justere luftafgangsgitteret, som vist nedenfor.

i

_Z
e

g

8 Ibrugtagning

8.1 Oversigt: Ibrugtagning

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gere og vide for at kunne tage
systemet i brug, efter det er blevet installeret.

Typisk arbejdsgang
Ibrugtagning bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrol af "Kontrolliste far ibrugtagning".
2  Testkgrsel af systemet.

8.2 Kontrolliste for ibrugtagning

Brug IKKE systemet, for falgende er kontrolleret og i orden:

O] Du har lzest alle instruktionerne i installatervejledningen.

O] Indendgrsenheden er monteret korrekt.

O] Nar der anvendes et tradlgst brugerinterface:
Indendgrsenhedens frontpanel med infrared modtager
er monteret.

O] Udendgrsenheden er monteret korrekt.

O] Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

O] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
spaendt.

8.3 Sadan udferes en testkorsel

Dette valg er ikke muligt med BRC1E52 eller BRC1E53
brugerinterfacet. Ved brug af et andet interface, se installations- eller
servicevejledningen til brugerinterfacet.

@ BEM/ERK

Afbryd ikke testkarslen.

INFORMATION

Baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen behgver
ikke at veere teendt for at sla brugerinterfacet til/fra. Ved
alle andre handlinger skal det taendes forst.
Baggrundsbelysningen teendes i +30 sekunder, nar der
trykkes pa en knap.

1 Udfer indledende trin.

# Handling

1 |Abn vaeskespaerreventilen (A) gasspeerreventilen (B)
ved at fijerne spindeldeekslet og dreje mod uret med en
sekskantnggle indtil anslag.

Luk servicedeekslet for at forhindre elektrisk stad.

Teend for stremmen mindst 6 timer fer driftsstart for at
beskytte kompressoren.

4 |Enheden skal indstilles til kaling pa brugerinterfacet.

2 Start testkaerslen

# Handling
1 Ga til menuens startside.

Resultat

Cool Setto

* 7| 28«

2 |Trykimindst 4 sekunder. |Service Settings menuen

7 O vises.
=)=
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9 Overdragelse til brugeren

Test Operation

Handling Resultat Fejlkode Mulig arsag
3 |Veelg Test Operation. Service Settings 13 u2 = Der forekommer spaendingsudsving.
D 21:‘,‘;7;;:""‘“' = Der mangler en fase i tilfeelde af tre-
Demand fasede strgmforsyningsenheder. Note:
e o il Drift er ikke mulig. Afbryd stremmen,
Seneun Seing z kontrollér ledningerne igen, og byt om pa
4 |Tryk Test Operation vises pa to af de tre elektriske ledninger.
menuens startside. U4 eller UF Ledningsferingen mellem enhederne er
D ikke korrekt.
(@A 7, Cool UA Udendgrsenheden og indendgrsenhederne
= = passer ikke sammen.

5 |Tryk inden for Testkarslen starter.

10 sekunder.

GD
AL D

3 Kontrollér driften i 3 minutter.

4 Stands testkarslen.

# Handling Resultat

1 Tryk i mindst 4 sekunder. |Service Settings menuen

vises.
7 —
(@A /D
2 |Veelg Test Operation. Service Settings 113

(j D Maintenance Contact
Field Settings
Demand

(1 D Min Setpoints Differential

Group Address
SReturn Setting s

Enheden gar tilbage til
normal drift, og menuens
startside vises.

8.4 Der vises fejlkoder under
testkorsel

Hvis installationen af udendgrsenheden IKKE er udfgrt korrekt, kan

felgende fejlkoder blive vist pa brugerinterfacet:

Fejlkode Mulig arsag
Der vises intet = Afbrydelse eller ledningsfejl (mellem
(den aktuelt indstillede stromforsyning og  udendgrsenhed,
temperatur vises ikke) mellem udendgrsenhed og
indendgrsenhed, mellem

indendgrsenhed og brugerinterface).

= Sikringen péa udendgrsenhedens eller
indendgrsenhedens printplade er defekt.

E3, E4 eller L8 = Speerreventilerne er lukket.

= Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.

E7 Der mangler en fase i tilfeelde af tre-fasede
stremforsyningsenheder.

Note: Drift er ikke mulig. Afbryd strammen,
kontrollér ledningerne igen, og byt om pa to
af de tre elektriske ledninger.

9 Overdragelse til brugeren

Nar testkerslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du
serge for, at falgende er klart til brugeren:

= Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er angivet tidligere i denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
der skal gores i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvad der skal geres i forbindelse med
vedligeholdelse af enheden.

10 Bortskaffelse

Afmontering af enheden, behandling af kglemiddel, olie og andre
dele, skal ske i henhold til relevant lovgivning.

11 Tekniske data

= Et delseet af den seneste tekniske dokumentation er tilgeengeligt
pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

L4 Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.
uo Speaerreventilerne er lukket.
Installatarvejledning DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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11 Tekniske data

111 Ledningsdiagram
Forklaring til samlet ledningsdiagram
Vedrgrende anvendte dele og nummerering henvises til meerkatet med ledningsdiagram pa enheden. Delene er nummeret med arabertal i stigende raekkefelge
for hver del, repreesenteret i oversigten nedenfor med symbolet ™" i delkoden.
Ve AFBRYDER D JORDFORBINDELSE

—@— FORBINDELSE @ JORDFORBINDELSE (SKRUE)
= , D» KONNEKTOR @ ENSRETTER
L JORD ——)— REL/EKONNEKTOR
s i B == LEDNINGSF@RING Iﬁ KORTSLUTNINGSKONNEKTOR
+—3 SIKRING —0O— TERMINAL
ﬁ INDEND@RSENHED [T 1] KLEMRAKKE
INDOOR
-_&_ UDEND@RSENHED O e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR

BLK : SORT GRN : GRoN PNK : LYSER@D WHT : HVID

BLU : BLA GRY : GRA PRPPPL : LILLA YIW @ GUL

BRN : BRUN ORG : ORANGE RED : R@D
AP TRYKT KREDSL@BSKORT PS STROMFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/ FRA, BETJENINGSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC
BZ HO SUMMER Q BIPOL/ER TRANSISTOR MED ISOLERET GATE

(IGBT)
c KONDENSATOR QD FEJLSTROMSAFBRYDER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, FORBINDELSE, KONNEKTOR QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
HR*, MR*_A, MR*_B, $*,U,V,
W, XA
D*, VD DIODE QM TERMOKONTAKT
DB* DIODEBRO R* MODSTAND
DS DIP-OMSKIFTER RT TERMOMODSTAND
E'H VARMER RC MODTAGER
F*U, FU* (VEDRGRENDE SIKRING sC GR/ENSEAFBRYDER
KARAKTERISTIK HENVISES TIL
PCBET INDE | DIN ENHED)
FG* KONNEKTOR (RAMME JORD) SL FLYDERKONTAKT
H* LEDNINGSNET S*NPH TRYKSENSOR (H2J)
H*P, LED*, V'L SIGNALLAMPE, LYSDIODE S'NPL TRYKSENSOR (LAV)
HAP LYSDIODE (SERVICEMONITOR GRZN) S*PH, HPS* TRYKKONTAKT (H@J)
HBJSPZANDING HOJSPZANDING S*PL TRYKKONTAKT (LAV)
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT EFFEKTMODUL S*W, SW* BETJENINGSKONTAKT
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETRELE SAx OVERSP/ENDINGSAFLEDER
L STROMFORENDE SR*, WLU SIGNALMODTAGER
L SPIRAL Ss* VAELGEROMSKIFTER
'R REAKTOR SHEET METAL KLEMR/EKKE FAST PLADE
M* STEPMOTOR ™R TRANSFORMER
MC KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SENDER
MF VENTILATORMOTOR V5, RV VARISTOR
MP DRANPUMPEMOTOR V'R DIODEBRO
M's SVINGMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETREL/E X* TERMINAL
N NEUTRAL XM KLEMR/EKKE (BLOK)
n=* ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y'E ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTILSPOLE
PAM IMPULS-AMPLITUDEMODULATION YR, Y*S REVERSERENDE MAGNETVENTILSPOLE
PCB* TRYKT KREDSL@BSKORT zC FERRITKERNE
PM* STRIMFORSYNINGSMODUL ZFZF ST@JFILTER
FDXM25~60F3V1B DAIKIN Installatgrvejledning

Klimaanleeg i opdelt system
4P482333-1 - 2017.03

17









EAL

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.ro.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P482333-1 2017.03



	Installatørvejledning
	Indholdsfortegnelse
	1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger
	1.1 Om dokumentationen
	1.1.1 Betydning af advarsler og symboler

	1.2 Til installatøren
	1.2.1 Generelt
	1.2.2 Installationsstedet
	1.2.3 Kølemiddel
	1.2.4 Brine
	1.2.5 Vand
	1.2.6 Elektrisk


	2 Om dokumentationen
	2.1 Om dette dokument

	3 Om kassen
	3.1 Oversigt: Om kassen
	3.2 Indendørsenhed
	3.2.1 Udpakning og håndtering af enheden
	3.2.2 Fjernelse af tilbehør fra indendørsenheden


	4 Om enheden og tilbehør
	4.1 Oversigt: Om enheden og tilbehør
	4.2 Systemopbygning
	4.3 Kombination af enheder og muligheder
	4.3.1 Muligt tilbehør til indendørsenheden


	5 Forberedelse
	5.1 Oversigt: Forberedelse
	5.2 Forberedelse af installationssted
	5.2.1 Krav til indendørsenhedens installationssted

	5.3 Forberedelse af kølerør
	5.3.1 Krav til kølerør
	Kølerørsmateriale
	Diameter kølerør

	5.3.2 Isolering af kølerør

	5.4 Forberedelse af de elektriske ledninger
	5.4.1 Om forberedelse af de elektriske ledninger


	6 Installation
	6.1 Oversigt: Installation
	6.2 Montering af indendørsenheden
	6.2.1 Forholdsregler ved montering af indendørsenheden
	6.2.2 Retningslinjer ved montering af indendørsenheden
	6.2.3 Retningslinjer ved montering af kanaler
	6.2.4 Retningslinjer ved montering af drænrør
	Generelle retningslinjer
	Tilslutning af kølerørene til indendørsenheden
	Kontrol af vandlækage


	6.3 Forbindelse af kølerør
	6.3.1 Om tilslutning af kølerør
	6.3.2 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af kølerør
	6.3.3 Retningslinjer ved tilslutning af kølerør
	6.3.4 Retningslinjer for bøjning af rør
	6.3.5 Sådan opkraves rørenden
	6.3.6 Sådan loddes rørenden
	6.3.7 Tilslutning af kølerørene til indendørsenheden

	6.4 Tilslutning af de elektriske ledninger
	6.4.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger
	6.4.2 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger
	6.4.3 Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger
	6.4.4 Tilslutning af de elektriske ledninger på indendørsenheden
	6.4.5 Specifikationer for standardledningskomponenter


	7 Konfiguration
	7.1 Indstillinger på brugsstedet

	8 Ibrugtagning
	8.1 Oversigt: Ibrugtagning
	8.2 Kontrolliste før ibrugtagning
	8.3 Sådan udføres en testkørsel
	8.4 Der vises fejlkoder under testkørsel

	9 Overdragelse til brugeren
	10 Bortskaffelse
	11 Tekniske data
	11.1 Ledningsdiagram



