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3
4 . .
, 1 Yleiset varotoimet
4
‘; 1.1 Tietoja asiakirjasta
5 = Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet
5 ovat kaannoksia.
= Tassa asiakirjassa olevat varotoimet kasittelevat erittéin tarkeita
6 Tassa asiakiri levat toimet Kasittelevat erittdin tarkeits
6 aiheita. Noudata niité huolellisesti.
6 = Jarjestelman asennus seka kaikki asennusoppaassa ja asentajan
viiteoppaassa kuvatut toimenpiteet tulee suorittaa valtuutetun
6 asentajan toimesta.
6
3 111 Varoitusten ja symbolien merkitys
7 A VAARA
7 Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan
7 loukkaantumiseen.
7

B

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

B

VAARA: PALAMISEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai
paleltumaan aarimmaisen kuumien tai kylmien lampatilojen
VUOKSi.

B

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

9
9 A VAROITUS
9 Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
9 vakavaan loukkaantumiseen.
9
9 VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA
10 =
11 A HUOMIO
11 Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
12 keskivaikeaan loukkaantumiseen.
12 @ HUOMIOITAVAA
12
12 Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja
13 omaisuusvahinkoja.
13
TIETOJA

i
13 Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.
13
13 Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttdopas ja kytkentaohje ennen

asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

] Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

8.1 Yleiskuvaus: KyttoONoto ..........ccoiireiiiiiieeiieeei e 15
8.2 Tarkistuslista ennen kayttdonottoa.............ccccevviiiiiiiiccicine 15
8.3 Koekayton suorittaminen ............ccooeeieiiiiiiiiieeee e 15
8.4  Vikakoodit koekayton suorittamisen aikana .............c.ccoceeeinine 16
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1 Yleiset varotoimet

1.

1.2 Asentajalle

1.2.1 Yleista

Jos et ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kaytetaan,
ota yhteytta jalleenmyyjaasi.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisalaitteiden vaara asennus tai liittdminen
saattaa aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kaytd vain lisvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit
tayttavat sovellettavat maaraykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisaksi).

HUOMIO

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta

B> Bl P

(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

VAROITUS 1.
Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkid niiden kanssa.

Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

= Varmista,

2.2 Asennuspaikka

Varmista, etta yksikon ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman
kiertokulkua varten.

Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja varinan.

ettd alue tuuletettu.  ALA  tuki

ilmanvaihtoaukkoja.

on  hyvin

Varmista, ettd yksikkoé on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

Rajahdysalttiseen ymparistoon.

Paikkaan, jossa on sahkdmagneettisia aaltoja sateilevia laitteita.
Sahkémagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja
aiheuttaa laitteiston toimintahairi6ita.

Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siella esiintyvien
palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai
syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu sydvyttavia kaasuja (esimerkiksi

rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmaaineen vuotamisen.

23 Kylma&aine

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

VAARA: PALAMISEN VAARA

= ALA koske kylmé&aineputkiin, vesiputkiin tai laitteen
sisdosiin kayton aikana tai heti kayton jalkeen. Se voi

B

@ HUOMIOITAVAA
4

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus
sovellettavat maaraykset.  Euroopassa
standardi on EN378.

tayttaa
sovellettava

olla liian kuuma tai liilan kylma. Anna sen palautua
tavalliseen lampétilaan. Jos sinun on koskettava sita,
pida suojakasineita.

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylméainetta.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, etta kenttaputkisto litdnnat eivat ole

rasituksen alaisia.

ja

VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkéa
suojapaikkanaan. Sahkodosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekéytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikdn nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

> B

HUOMIOITAVAA

= ALA aseta mitdan esineit tai laitteita yksikon paélle.

e

= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

HUOMIOITAVAA

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen

kanssa, voi muodostua myrkyllista kaasua.

Ulkoyksikkéon tehtavat tydét on paras tehda kuivassa
saassa vedeltad suojautumista varten.

Sovellettavien lakisaateisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen
pitaa tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitddn ainakin: huoltotiedot,
korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintaan seuraavat tiedot merkittava

kaytettavaan paikkaan:

on tuotteen  helposti

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot

= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa
jarjestelman alas ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA  kéytd  yksikén  automaattista  pumpun
alasajotoimintoa, joka kerda kaiken kylmaaineen
jarjestelmasta ulkoyksikkéon. Possible consequence:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska
kaynnissa olevaan kompressoriin paasee ilmaa.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon
kompressorin El tarvitse olla kaynnissa.

paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa
varten.

VAROITUS

Ota kylmaaine aina talteen. ALA vapauta niitd suoraan
ymparistoon. Tyhjioi laitteisto tyhjiopumpun avulla.

DAIKIN

Asentajan viiteopas
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1 Yleiset varotoimet

@ HUOMIOITAVAA

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja
ei ole. Suorita kaasuvuotokoe typen avulla.

HUOMIOITAVAA

= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylméaainetta
enempaa kuin maaritetty maara.

= Kun kylmaainejarjestelma avataan, kylmaainetta tulee
kasitella lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

A VAROITUS

Yksikon sisaisen ympariston lampotila voi olla paljon
korkeampi  kuin huonelampédtila, esim. 70°C. Jos
suolaliuosta vuotaa, yksikon sisallda olevat kuumat osat
voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

A VAROITUS

Sovelluksen kayton ja asennuksen ON noudatettava
sovellettavassa lainsaadannéssa maaritettyja turva- ja
ymparistévarotoimia.

A VAROITUS

Varmista, etta jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta
voi lisdta vasta vuototestin ja  tyhjiokuivauksen
suorittamisen jalkeen.

= Jos kylmaainetta taytyy lisatd, katso tietoja yksikdn nimikilvessa.
Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Yksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien
kooista ja pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin
jarjestelmiin.

= Kaytd ainoastaan jarjestelmassa kaytettavalle kylmaainetyypille
tarkoitettuja tydkaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetdan
vieraiden aineiden paasy jarjestelmaan.

= Lisaa nestemaista kylmaainetta seuraavasti:

Jos Niin

Juoksutusputki on kaytettavissa |Lisaa sylinteri pystyasennossa.

(ts. sylinterissa on merkinta
"Liquid filling siphon attached”)

o

Juoksutusputkea ei ole Lisaa sylinteri yldsalaisin.
kaytettavissa e

g

= Lisda kylmaainetta nestemaisessa muodossa. Kylmaaineen
lisddminen kaasumaisessa muodossa voi estda normaalin
toiminnan.

A HUOMIO

Kun kylmaaineen lisdaminen on valmis tai keskeytetaan,
sulje kylmaainesailion venttiili heti. Jos venttiilia ei suljeta
heti, jaljelld oleva paine voi lisatd enemman kylmaainetta.
Possible consequence: Virheellinen kylmaaineen maara.

= Avaa kylmaainesylinterit hitaasti.

1.24 Suolalious

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

A VAROITUS

Suolaliuoksen valinta ON
lainsdadanndn mukaisesti.

A VAROITUS

Huolehdi riittdvistd varotoimista suolaliuoksen vuodon
varalta. Jos suolaliuosta vuotaa, tuuleta alue valittdmasti ja
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

tehtava paikallisen

1.2.5 Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

Q HUOMIOITAVAA
Varmista, ettd veden laatu tayttda EU-direktiivin 98/83 EY.

1.2.6 Sahkoinen

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransy6tét ennen kytkinrasian
kannen irrottamista, sahkodjohtojen kytkemista tai
sahkdosien koskettamista.

= Irrota virransyottd vahintddn 1 minuutiksi ja mittaa
jannite paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai
sahkdosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen ON
oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkdosiin.
Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.

= ALA koske séhkoosiin marillé kasilla.

= ALA jatd yksikkéa valvomatta, kun huoltokansi on
irrotettu.

A VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu
tehtaalla, sellainen  TAYTYY asentaa kiintedan
johdotukseen niin, ettd se irrottaa kaikki navat
ylijanniteluokan Il ehtojen tayttyessa.

A VAROITUS

Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus tayttda sovellettavat
maaraykset.

= Kenttajohdotus on tehtéva tuotteen mukana toimitetun
kytkentéakaavion mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja
varmista, ettéd ne eivat paase koskettamaan putkia ja
teravia reunoja. Varmista, etta liitantdihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita
yksikkoa vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen
maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkadiskun.

= Yksikon kayttdo edellyttaa erillista, sille varattua
virtaldhdetta. Missdan tapauksessa El saa kayttaa
jonkin toisen laitteen kanssa yhteista virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai
suojakatkaisijat.

= Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos néin ei tehda,
seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

= Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, etta se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietda korkeataajuisia
sahkdisia hairidita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.
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2 Tietoja asiakirjasta

@ HUOMIOITAVAA
Virtajohtojen kiinnittdmiseen liittyvat varotoimet:

= Ald kytke eri paksuisia johtoja virran kytkentdrimaan
(loysat  sahkojohdot  voivat aiheuttaa liiallista
kuumenemista).

= Kun samanpaksuisia johtoja kytketdan, tee se
seuraavan kuvan mukaisesti.

VN
( ) [ J o ([ ]
(1 [ ]

O X X

= Kaytéd johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa,
kiinnitd johdot Ilujasti ja tue ne sitten niin, ettei
kytkentélevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristamiseen sopivaa ruuvimeisselia.
Pienipdinen ruuvimeisseli vahingoittaa paata ja tekee
kiristyksen mahdottomaksi.

= Ruuvien liikakiristys voi rikkoa ruuvit.

Asenna virtajohdot vahintdan 1 metrin paahan televisioista ja
radioista hairididen estéamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin
etaisyys ei valttamatta riita.

A VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, ettd jokainen
sahkdosa ja sahkoosarasiassa oleva liitin on liitetty
kunnolla.

= Varmista, ettd kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin
kaynnistat yksikon.

@ HUOMIOITAVAA

Patee vain silloin, kun virtaldahde on kolmivaiheinen ja
kompressorissa on PAALLE/POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen
jalkeen, ja virta menee paalle ja pois tuotteen ollessa
kaynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri paikallisesti.
Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja
muita osia.

2 Tietoja asiakirjasta

21 Tietoa tasta asiakirjasta

TIETOJA

Varmista, etta kayttgjalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
hanta sailyttdmaan ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekd maallikoiden kayttdon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

= Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)

= Sisdyksikon asennusopas:

= Asennusohjeet

= Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Yksikoiden purkaminen pakkauksesta ja kasittely
= Lisavarusteiden poistaminen yksikdista

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikko taytyy tarkastaa heti saapumisen yhteydessa vaurioiden
varalta. Mahdolliset vauriot on ilmoitettava valittdmasti
likennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman I3helle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

3.2 Sisayksikko

3.21 Yksikon purkaminen pakkauksesta ja
kasittely

Kayta yksikdn nostamiseen pehmedstd materiaalista valmistettua
nostosilmukkaa tai suojalevyja ja koyttd. Nain estetdadn yksikon
vaurioituminen tai naarmuuntuminen.

Nosta yksikkda riippuvista kannattimista kohdistamatta painetta
muihin osiin, etenkaan kylmaaineputkiin, tyhjennysputkeen ja muihin
muoviosiin.

Asentajan viiteopas
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4 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

3.2.2 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

a b ¢ d e f

1% 8x
W (=)
i j

g
24x% 1% 2x

7

h
1%

Asennusopas

Kayttdopas

Yleiset varotoimet

Riippuvan kannattimen aluslevyt
Kanavalaippojen ruuvit
Metallipidike

Tiivistetyynyt: pieni ja suuri
Tyhjennysletku
Tiivistemateriaali

Eristepala: Pieni (nesteputki)
Eristepala: Suuri (kaasuputki)
Nippusiteet

Aluslevyn kiinnityslevy
limansuodatin

53 C X —TQ K0 Q0T

4 Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

4.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikoista ja
lisdavarusteista

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Ulko- ja sisayksikoiden yhdistaminen

= Sisayksikon yhdistaminen lisdvarusteiden kanssa

4.2 Jarjestelman sijoittelu

Sisayksikko

Ulkoyksikkd

Kayttoliittyma

Imuilma

Poistoilma

Kylmaaineputkisto + yhteiskytkentékaapeli
Tyhjennysputki

Maadoitusjohto

STQ D Q0T QD

4.3 Yksikoiden ja valinnaisvarusteiden
yhdistaminen

4.31 Sisdyksikén mahdolliset varusteet

Varmista, etta sinulla on seuraavat pakolliset varusteet:

= Kayttoliittyma: Langallinen tai langaton (kdytd sopivan
kayttolittyman valinnassa apuna myyntiluetteloita ja teknista
kirjallisuutta)

5 Valmistelu

5.1 Yleiskuvaus: Valmistelu

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietdd ennen
asennuspaikalle menemista.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Asennuspaikan valmisteleminen
= Kylmaaineputkiston valmisteleminen

= Séahkojohtojen valmisteleminen

5.2 Asennuspaikan valmisteleminen

= Varmista, ettd yksikon ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman
kiertokulkua varten.

= Valitse asennuspaikka, jossa on riittdvasti tilaa yksikon
kantamiseen paikalle ja sielta pois.

FDXM25~60F3V1B
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5 Valmistelu

A VAROITUS

ALA asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa tulenarkaa
kaasua saattaa vuotaa. Jos kaasua vuotaa ja jaa
ilmastointilaitteen ympaérille, saattaa syttya tulipalo.

5.21 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Lue myds seuraavat vaatimukset:

= Yleiset asennuspaikan vaatimukset. Katso lukua
“Yleiset varotoimet”.

= Kylmaaineputken vaatimukset (pituus, korkeusero).
Katso lisatietoja tasta kappaleesta “Valmistelu”.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

HUOMIOITAVAA

Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa
radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa elektronista kohinaa.
Laitteisto tayttda maaritykset, jotka on suunniteltu
antamaan kohtuullinen suoja tallaisia hairi6ita vastaan.
Yksittédisen asennuksen hairiéttdmyytta ei kuitenkaan voida
taata.

e =

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot
riittdvan etaalle stereolaitteista, tietokoneista yms.

Asenna virtajohdot vahintdan 1 metrin paahan televisioista ja
radioista hairididen estéamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin
etaisyys ei valttamatta riita.

= Loistevalaisimet. Kun langaton kaukosdadin asennetaan
huoneeseen, jossa on loistevalaisimia, ota hairididen valttamiseksi
seuraavat asiat huomioon:

= Asenna langaton kaukosdadin mahdollisimman l|ahelle
sisayksikkoa.
= Asenna sisayksikkd mahdollisimman kauas loistevalaisimista.

= Signaalin vastaanotin, jossa on sisdanrakennettu lampétila-
anturi, on asennettava seuraavanlaiseen sijaintiin:

= Lahelle imuilman ottoaukkoa (jos asennus lahelle imuilman
ottoaukkoa ei ole mahdollista, asenna 1,5 m lattian ylapuolelle)-

= Ei ole alttiina kylmalle tai kuumalle ilmalle.
= Verho tms. ei esta signaalin kulkemista.

* Huolehdi siitd, ettd vesi ei vuodon sattuessa paase
vahingoittamaan asennustilaa ja ymparistoa.

= Valitse sijainti, jossa yksikdsta poistuva kuuma/kylma ilma tai
kayttdaani El hairitse ketaan.

A VAROITUS

ALA laita sisé- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Tallaisessa tilanteessa paayksikon tai
kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen
likaisuus tai poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa
tippumista. Tasta seuraa yksikdn alapuolella olevan
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

= llmavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.

= Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan
asianmukaisesti.

= Katon eristys. Jos katon lampétila ylittdéd 30°C ja suhteellinen
kosteus on enemman kuin 80% tai jos kattoon johdetaan raikasta
ilmaa, tarvitaan lisderistys (vahintdéan 10 mm:n paksuinen
polyeteenivaahto).

= Suojukset. Muista asentaa suojukset imu- ja poistopuolelle, jotta
kukaan ei paase koskettamaan tuulettimen siipia tai
lammonvaihdinta.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai
héyrya. Muoviosat voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa
vesivuodon.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkd6a seuraavanlaisiin paikkoihin,
koska se voi lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon

= Ajoneuvot tai laivat

= Tilat, joissa on happamia tai emaksisia hoyryja
= Kayta asennuksessa ripustuspultteja.

= Etdisyys. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:

Y
L a

=300
7
A b
i i

o o] =)

N

8 Al

° & - s

220
>400
7
c

A
d (mm)

A Pienin etéisyys lattiasta:

2,7 m vahingossa tapahtuvan koskettamisen valttamiseksi.
2,5 m, jos tuuletin peitetdan (esim. valekatto, saleikkd tms.)
Ohjausrasia

Huoltotila

Valikatto

Lattiapinta

Valitse mitta niin, etta laskukulma on vahintaan 1/100

©OQ0T O

5.3 Kylmaaineputkiston valmistelu

5.3.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

Kylmaaineputkiston materiaali

= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®

(@)

6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm 2

9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

(a) Sovellettavan lainsaadannén ja yksikdn suurimman
kayttopaineen mukaan (katso PS High yksikon
nimikilvessa) voidaan tarvita paksumpia putkia.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kayta samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikdiden liitannoissa:

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

Malli L1-nesteputkisto L1-kaasuputkisto
FDXM25+35 76,4 29,5
FDXM50+60 76,4 @12,7

5.3.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= lamménsiirtonopeus 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh
°C)

= lammonkesto vahintaan 120°C

= Erityksen paksuus

Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (@,) | sisdhalkaisija (@) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
( W) t
&

Jos lampétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintddn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

5.4 Sahkojohdotuksen valmistelu

5.4.1 Tietoja sahkojohdotuksen valmistelusta

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

A VAROITUS

= Jos \virransy6tosta puuttuu tai on vaaranlainen
nollajohdin, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, vylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnité séhkojohdot kaapelisiteillé niin, ettd ne EIVAT
ole yhteydessa teraviin reunoihin tai putkistoon,
etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kéytd teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia,
jatkojohtoja tai litantaa tahtijarjestelmasta. Ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tissa
yksikdssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdhkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset ja niiden on taytettdva sovellettava
lainsaadanto.

= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien kaytettyjen osien ja sahkotoiden on taytettava
sovellettava lainsaadanto.

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyéttokaapelina.

6 Asennus

6.1 Yleiskuvaus: Asennus

Téassa luvussa kerrotaan, mita taytyy tehda ja tietda asennuspaikalla
jarjestelman asennusta varten.

Tyypillinen tyonkulku

Asennus koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
= Ulkoyksikon kiinnitys.

= Sisayksikon kiinnitys.

= Kylmaaineputkiston liitdminen.

= Kylmaaineputkiston tarkistaminen.

= Kylmaaineen taytto.

= Sahkojohtojen liittdminen.

= Ulkoasennuksen viimeistely.

= Sisdasennuksen viimeistely.

TIETOJA

Tassad luvussa kuvataan vain sisayksikkdéa koskevat
asennusohjeet. Muut ohjeet:

= Ulkoyksikén asennusopas
= Kaukosaatimen asennusopas

= Lisdvarusteiden asennusopas

6.2 Sisayksikon kiinnitys

6.2.1 Varotoimet kun sisdyksikkoa kiinnitetdaan

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

6.2.2 Sisayksikon asentamisohjeita

TIETOJA

Lisalaitteet. Kun asennat lisdlaitteita, lue myds niiden
asennusoppaat. Asennuspaikan olosuhteiden mukaan voi
olla helpompi asentaa lisalaitteet ensin.

= Katon lujuus. Tarkista, onko katto riittdvan vahva kestadmaan
yksikdn painon. Jos vaara on olemassa, vahvista katto ennen
yksikdn asennusta.

= Kayta olemassa olevissa katoissa ankkureita.

= Kaytd wuusissa katoissa upotettuja proppuja, upotettuja
ankkureita tai muita erikseen hankittavia osia.

= Ripustuspultit. Kaytd asennukseen W3/8 M10 -ripustuspultteja.
Kiinnitd riippuva kannatin ripustuspulttiin.  Kiinnita riippuva
kannatin lujasti mutterin ja aluslevyn avulla seka yla- etta
alapuolelta.

a2\

= Kattoaukon koko. Varmista, ettd kattoaukko on seuraavien
rajojen sisalla:

FDXM25~60F3V1B
Jaetut iimastointilaitteet
4P482333-1 — 2017.03
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6 Asennus

¢ Imukansi

1l ‘ 5 Kiinnitd ilmansuodatin (tarvike) painamalla koukut alas (2
koukkua tyypissa 25+35, 3 koukkua tyypissa 50+60).
imu takana imu pohjassa
f—|
e T . é = Asenna sisdyksikko tilapaisesti.
50!
620 6 Kiinnita riippuva kannatin ripustuspulttiin.
7 Kiinnita yksikko tukevasti.
Luokka A (mm) B (mm) _ _ _ . a
FDXM25+35 740 790 . Tafo. 'I.'afklsta. v.eswﬁ.a alla tai vedella taytetylld vinyyliputkella,
ettd yksikon kaikki nelja kulmaa ovat suorassa.
FDXM50+60 1140 1190
a1l Mutteri (ei sisally toimitukseen)
a2 Kaksoismutteri (ei sisélly toimitukseen)
b Aluslevy (tarvike)
Riippuva kannatin
d Ohjausrasia
e Ripustuspulttien vali
f Kokonaismitta
a Taso
= Ulkoinen staattinen paine. Huolehdi teknisten tietojen avulla b Vinyyliputki

siita, ettd yksikon ulkoista staattista painetta ei yliteta.

8 Kirista ylempi mutteri.

= Kattoaukko. (Katto, jossa on aukko asennusta varten)

0 HUOMIOITAVAA

1 Vie kaikki putket ja johdot yksikdn putki- ja johtoreikien lapi. I . .

} ) ALA asenna yksikk6a kallelleen. Possible consequence:
2 Varmista, etta katto on vaakasuora. Jos yksikkd on kallellaan kondenssiveden virtauksen
= Asennusesimerkki: vastaisesti  (tyhjennysputkiston puoli on kohollaan),

uimurikytkin ei valttdmatta toimi oikein ja laitteesta voi
tippua vetta.

6.2.3 Kanavan asentamisohjeita

Kanava ei sisélly toimitukseen.

a  Ankkuripultti = llman tulopuoli. Kiinnitd kanava ja tulopuolen laippa (ei sisally
b Sisdkatto , toimitukseen). Kayta laipan kiinnittamiseen 7:34 tarvikeruuvia.

¢ Pitka mutteri tai litosmutteri

d Ripustuspultti ab c b a

e Sisayksikkd || | I

of—rfi | Efr—v

d e e d

= Asenna imukansi ja ilmansuodatin (tarvike) Jos imu pohjassa:

3 Irrota imukansi.

a Liitdntaruuvi (tarvike)
b Laippa (ei sisally toimitukseen)
¢ Paayksikkd
d Eriste (ei sisally toimitukseen)
e Alumiiniteippi (ei sisally toimitukseen)
= Suodatin. Muista kiinnittaa ilmansuodatin tulopuolen
iimakaytavan sisaan. Kayta ilmansuodatinta, jonka

polynkeraysteho on vahintaan 250% (gravimetrinen menetelma).
Toimitettua suodatinta ei kdyteta, jos tulokanava on kiinnitetty.

= liman poistopuoli. Liitd putki poistopuolen laipan sisamitan
mukaisesti.

= limavuodot. Kiedo alumiiniteippida imupuolen laipan ja kanavan
litoksen ymparille. Varmista, ettei missadn muussa litoksessa ole
ilmavuotoja.

= Eristdminen. Eristd kanava, jotta kondensaatiota ei paase
muodostumaan. Kayta lasivillaa tai polyeteenivaahtoa, paksuus

25 mm.
a limanotto
b limanpoisto
Asentajan viiteopas DAIKIN FDXM25~60F3V1B
1 O Jaetut iimastointilaitteet
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6 Asennus

6.2.4 Poistoputkiston asentamisohjeita
Yleisia ohjeita
» Tyhjennyspumppu. Tassa korkealle nostavassa tyypissa

tyhjennysaanet vaimenevat, kun tyhjennyspumppu asennetaan
korkeampaan paikkaan. Suositeltava korkeus on 300 mm.

= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

» Putken koko. Putken koon on oltava sama tai suurempi kuin
litosputken (vinyyliputki, jonka siséhalkaisiia on 20 mm ja
ulkohalkaisija 26 mm).

= Kallistus. Varmista, ettd tyhjennysputki viettdd alaspain
(vahintaan 1/100), jotta putkeen ei jaa ilmaa. Kayta
ripustustankoja kuvan mukaisesti.

i e

a Riippuvarsi
O Sallittu
X Eisallittu

= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

Tyhjennysputkiston liittaminen sisayksikkoon

‘ HUOMIOITAVAA

Tyhjennysletkun virheellinen liittdminen voi aiheuttaa
vuotoja seka vahingoittaa asennustilaa ja ymparistoa.

1 Tybénna tyhjennysletku niin mahdollista

tyhjennysputken liitantaan.

pitkalle  kuin

2 Kiristd metallikiristinta, kunnes ruuvin paa on alle 4 mm:n
etaisyydella kiristimesta.

Tarkista vesivuodot (katso Tarkistaminen vesivuotojen varalta).
Asenna eristepala (tyhjennysputki).

Kaari suuri tiivistepala (=eriste) metallikiristimen ja
tyhjennysletkun paalle ja kiinnitad se nippusiteilla.

6 Liita tyhjennysputki tyhjennysletkuun.

m e c d f

{ |4 2 |5 6
p Lo AN

Tyhjennysputken liitanta (kiinni yksikdssa)
Tyhjennysletku (tarvike)

Metallikiristin (tarvike)

Suuri tiiviste (tarvike)

Eristepala (tyhjennysputki) (tarvike)
Tyhjennysputki (ei sisélly toimitukseen)

a
b
c
d
e

f

@ HUOMIOITAVAA

= ALA irrota tyhjennysputken tulppaa. Vettd saattaa
vuotaa ulos.

= Kayta poistoaukkoa veden poistoon vain silloin, kun
tyhjennyspumppua ei kayteta, tai ennen huoltoa.

= Aseta ja irrota tyhjennystulppa varovasti.
Tippavesialtaan poistopistoke voi vaurioitua liiallisen
voimankayton vaikutuksesta.

Veda tulppa ulos.
= ALA heiluta tulppaa edestakaisin.

Paina tulppa sisaan.

= Aseta tulppa ja paina se sisaan ristipaaruuviavaimella.

a Tyhjennystulppa
b Ristipaaruuviavain

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Lisda vahitellen noin 1 litra vettd tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vetta.

a
b
d e
c
limanpoisto
Siirrettdva pumppu
Ampari

Kylmaaineputket
Poistoaukko

®OQo0T O

6.3 Kylmaaineputkiston liitannat

6.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Ennen kylmaaineputkiston liittdmista
Varmista, etta ulko- ja sisayksikkd on kiinnitetty.
Tyypillinen tyénkulku

Kylmaaineputkiston liitantdihin kuuluvat:

= Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikk&on
= Kylmaaineputkiston liittdminen sisdyksikkdon

= Kylmaaineputkiston eristaminen

FDXM25~60F3V1B
Jaetut iimastointilaitteet
4P482333-1 — 2017.03

DAIKIN

Asentajan viiteopas

11



6 Asennus

= Pid& mielessa seuraavat ohjeet:
= Putken taivutus
= Putken paiden laipoitus
= Juotos

= Sulkuventtiilien kayttd

6.3.2 Kylmaaineputkiston liittamisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.
= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: PALAMISEN VAARA

HUOMIO

= ALA kéyta mineraaliéljy4 laipoitettuun osaan.

B> B

= ALA koskaan asenna kuivainta tdhan yksikkdén, jotta
sen kayttoika voitaisiin taata. Kuivausaine saattaa
liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

HUOMIOITAVAA

Ota seuraavat kylmaaineputkistoon littyvat
varotoimenpiteet huomioon:

Valtd kaiken muun kuin maaritetyn kylmaaineen
sekoittumista kylmaainekiertoon (esim. ilman).

Kayta vain R32- tai R410-kylmaainetta®, kun lisaat
kylmaainetta.

Kayta vain R32- tai R410A-kylmé&aineelle® tarkoitettuja
asennustyokaluja (esim. paineensaatomittari), jotka
kestavat painetta ja joiden avulla estetdan
epapuhtauksien (esim. mineraalidljyjen ja kosteuden)
sekoittuminen jarjestelmaan.

Asenna putkisto niin, ettd laippa El ole alttina
mekaaniselle rasitukselle.

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti
estaaksesi lian, nesteen tai pdlyn paasyn putkistoon.

Ole varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi
(katso kuva alla).

Katso  kaytettavd  kylmaainetyyppi  ulkoyksikdn
teknisista tiedoista.

6.3.3 Kylmaaineputkiston liittamisohjeita

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

= Voitele laipan sisdpinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat
laippamutteria. Kiristd kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista
kiristysta.

— v
RN
|
/

= Kayta aina kahta kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kayta aina seka kiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin
kiristamiseen, kun liitdt putkia. Tama ehkaisee mutterin
murtumista ja vuotoja.

a Momenttiavain

b Kiintoavain

¢ Putkiliitos

d Laippamutteri

Putkien koko |Kiristysmomen| Laipan mitat | Laipan muoto
(mm) tti (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 90*2«5
29,5 33~39 12,8~13,2 S
@12,7 50~60 16,2~16,6
~F

6.3.4 Putken taivutusohjeet

Kayta putkentaivutinta taivuttamiseen. Putkien taivutusten tulisi olla
mahdollisimman loivia (taivutussateen tulisi olla 30~40 mm tai
enemman).

6.3.5 Putken paan laipoitus

(a) Katso kaytettéava kylmaainetyyppi ulkoyksikon teknisista

A HUOMIO

Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylmaainekaasun
vuodon.

« ALA kaytad laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja
estdmaan kylmaainekaasun vuoto.

= Kaytd yksikdn mukana toimitettuja laippamuttereita.
Muiden  laippamutterien  kayttdé voi  aiheuttaa
kylmakaasun vuotoja.

tiedoista.

|| |

il gl

bl
: : - 5 %

Yksikko Asennuksen kesto | Suojausmenetelma
Ulkoyksikkd >1 kk Litista putki
<1 kk Litista tai teippaa

Sisayksikkd Kestosta riippumatta |PUtki

TIETOJA

ALA  avaa  kylmaaineen  sulkuventtilia ~ ennen
kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun kylmaainetta on
lisattdva, on suositeltavaa avata kylmaaineen sulkuventtiili
tayton jalkeen.

1 Leikkaa putken paa putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet niin, ettd leikattu pinta on alaspain, jotta palat
eivat paase putkeen.

1

a—/ \b

a Leikkaa tarkasti suoriin kulmiin.
b Poista purseet.

3 Poista laippamutteri sulkuventtiilistd ja aseta laippamutteri
putkeen.

4 Laipoita putki. Aseta tarkasti seuraavan kuvan nayttdmaan
asentoon.

A

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

Laipoitustyokalu Perinteinen laipoitustyokalu
R410-tai R32- | kytkintyyppi | Siipimutterityyppi
kylmaainetta o . ) :

varten (Ridgid-tyyppi) | (Imperial-tyyppi)
(kytkintyyppi)
1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

A 0~0,5 mm
5

Tarkista, etta laipoitus on tehty oikein.
A

a —g b
c

a Laipan sisdpinnan on oltava virheetdn.

b Putken paan on oltava tasaisesti laipoitettu taydelliseksi
ympyraksi.

¢ Varmista, ettd laippamutteri on asennettu.

6.3.6 Putken paan juottaminen

Sisayksikdssa ja ulkoyksikdssa on laippaliitdnnat. Yhdistd molemmat
paat ilman juottamista. Jos juottamista tarvitaan, huomioi seuraavat
asiat:

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estddksesi suuren
hapettuneiden kalvojen maaran syntymisen putkien sisélle. Tama
kalvo haittaa jadhdytysjarjestelman venttiilien ja kompressoreiden
toimintaa ja estaa asianmukaisen kayton.

= Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiilila 20 kPa
(0,2 bar) (ts. vain sen verran, etta se tuntuu iholla).

a b c d e

{

<f ]

Kylmaaineputkisto
Juotettava osa
Teippaus

Kasiventtiili
Paineenalennusventtiili
f  Typpi

= ALA kéyta hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja.
Sen jaannos voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

é

Q00T O

= ALA kayta juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylm&aineputkia.
Kayta juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka ei vaadi
juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittain haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos
esimerkiksi kaytetdadn klooripohjaista juoksutinta, se sydvyttaa
putkia, ja jos juoksuttimessa on fluoria, se vahingoittaa
kylmaainedljya.

6.3.7 Kylma&aineputkiston liittdminen
sisayksikkoon

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva R32-kylmaaine (jos kaytdssa) on
lievasti tulenarkaa.®

A Kaasuputkisto
B Nesteputkisto

Eristemateriaali (hankitaan erikseen)

Nippusiteet (tarvike)

Eristepalat: Suuri (kaasuputki), pieni (nesteputki)
(tarvikkeet)

Laippamutteri (kiinnitetty yksikkddn)

Kylmaaineputken liitanta (kiinni yksikdssa)

Yksikkd

Tiivisteet: Keskikokoinen 1 (kaasuputki), keskikokoinen 2
(nesteputki) (tarvikkeet)

oOT o

Q 0 Q

Kéanna eristepalojen saumat ylos.

Kiinnita yksikon alustaan.

Kirista nippusiteet eristepaloihin.

Kiedo tiivistepala yksikon alustasta laippamutterin
yldosaan.

@ HUOMIOITAVAA

Muista eristad kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

BOWN =

6.4 Sahkojohtojen kytkenta

6.4.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Tyypillinen tyénkulku

Sahkajohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Varmistetaan, ettd virtaldhde vastaa kaikkia yksikoiden
sahkoémaarityksia.

2 Liitetaan ulkoyksikdn sahkojohdot.

3 Liitetaan sisayksikdn sahkojohdot.

4 Liitetdan paavirransyotto.

6.4.2 Varotoimet sdahkojohtoja kytkettiessa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
A

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

(a) Katso kaytettava kylmaainetyyppi ulkoyksikon teknisista
tiedoista.

= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Laippaliitinnat. Kytke kylmaaineputkisto yksikk6on kayttamalla
laippaliitantoja.

= Eristaminen. Eristd sisdyksikdn kylmaaineputkisto seuraavalla
tavalla:

A VAROITUS

Jos virransyéttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

6.4.3 Ohjeet sdhkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraava mielessa:

= Jos kerrattua johdinta kaytetdan, asenna pydred poimutettu liitin
sen paahan. Aseta pydreda poimutettu liitin johdon peitettyyn
osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

FDXM25~60F3V1B
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6 Asennus

b a

a Kerrattu johdin
b  Pydread poimutettu liitin

= Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
T
0 g

g—a a

a Kayristetty yksilankainen johto
b Ruuvi

c Littea aluslaatta

a bc

T —a

Kerrattu johdin
pyorealla
poimutetulla liittimella

a Liitin
b Ruuvi

c Littea aluslaatta

6.4.4 Sisayksikon sdhkoéjohtojen liittdminen

On tarkeda pitda virransyotto- ja tiedonsiirtokaapelit erillaan
toisistaan. Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin kaapelin
valisen etaisyyden taytyy olla aina vahintdan 50 mm.

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erilldan. Ne voivat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea
rinnakkain.

1 Irrota huoltokansi.

Yksikoén ulkopuolella

Yksikon sisalla

Ohjausrasian kansi

Yhteiskytkentakaapelin litdnta (sisaltdd maadoituksen)
Kytkentékaavio

Kayttoliittyméakaapelin liitanta

Tiivistemateriaali (tarvike)

Kaapelien aukko

Johto

Q@aw0o0To W>

2 Kayttoliittyman kaapeli: Reititd kaapeli rungon lapi, kytke
kaapeli riviliittimeen ja kiinnita nippusiteella.

3 Yhteiskytkentdkaapeli (sisayksikkd—ulkoyksikkd):  Reitita
kaapeli rungon lapi, kytke kaapeli rivilittimeen (varmista, etta
numerot tdsmaavat ulkoyksikdon numeroiden kanssa, ja kytke
maajohdin) ja kiinnita nippusiteella.

4 Kiedo kaapelien ymparille tiivistemateriaalia (tarvike), jotta
yksikkéon ei paase vetta. Tiivista kaikki raot, jotta pienet eldimet
eivat paase jarjestelmaan.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon.

Sisalla oleva painettu piirilevy (ASENNELMA)
Virtakaapeli ja maadoitusjohdin

Tiedonsiirto- ja kayttéliittymakaapelointi
Kiinnikkeet

ocoTo >

5 Kiinnita huoltokansi takaisin.

1~ 50 Hz
220-240V

e

Yhteiskytkentékaapeli
Virransyottokaapeli
Maavuotosuojakatkaisin
Sulake

Kayttoliittyma

®©Q0TQ

6.4.5 Tavallisten johdotusosien tekniset tiedot

Komponentti Tekniset tiedot

Yhteiskytkentakaapeli
(sis@yksikkd«—ulkoyksikko)

Kaapelin minimipoikkileikkaus
2,5 mm?2, sopii 230 V:lle

Kaukosaatimen kaapeli Suojattu vinyylijohto, vaippa
ja kaapelit 0,75-1,25 mm?

(2 johdinta)

Enintaan 500 m

Asentajan viiteopas
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7 Configuration

7 Configuration
71 Kenttaasetukset

Tee seuraavat kenttdasetukset niin, ettd ne vastaavat todellista
asennuskokoonpanoa ja kayttajan tarpeita:

= Ulkoisen staattisen paineen asetus. Katso ulkoisen staattisen
paineen asetusalue teknisista tiedoista.

= Lampopumppu. Jos |ammitystoimintoa kaytettdessa jalkoja
palelee, saada poistoilmasaleikk6a alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

8 Kayttoonotto

8.1 Yleiskuvaus: Kayttoonotto

Tassa luvussa kerrotaan, mita taytyy tehda ja tietad jarjestelman
kayttéonottoa varten sen asennuksen jalkeen.

Tyypillinen tyénkulku

Kayttéonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
1 Kohteen "Tarkistuslista ennen kayttdonottoa" tarkistaminen.
2 Jarjestelman koekayton suorittaminen.

8.2 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

ALA kayta jarjestelmaa ennen kuin seuraavat kohdat on tarkistettu:

0] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

] Sisdyksikot on kiinnitetty oikein.

0] Jos kaytetdan langatonta kayttoliittymaa: Sisdyksikon
koristepaneeli ja infrapunavastaanotin on asennettu.

O] Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

O] Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

O] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

0] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eika niita ole
ohitettu.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Kytkinrasiassa El ole l6ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

O] Kompressorin eristysvastus on OK.

(] Sisa- ja ulkoyksikon sisélla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

0] Kylmaainevuotoja El ole.

] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

(] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

8.3 Koekayton suorittaminen

Tata tehtdvaa kaytetddn vain BRC1E52- tai BRC1E53-
kaukosaatimen kanssa. Jotain muuta kaukosaadintd kaytettdessa
katso kaukosaatimen asennus- tai huolto-opas.

@ HUOMIOITAVAA

Ala keskeyta koekayttda.

TIETOJA

Taustavalo. Taustavalon ei tarvitse palaa, kun
kayttoliittymassa suoritetaan ON/OFF-toimenpide. Kaikkia
muita toimenpiteitd varten sen taytyy ensin palaa.
Taustavalo palaa 30 sekunnin ajan, kun jotakin painiketta
painetaan.

1 Suorita alustavat vaiheet.

# Toimenpide

1 |Avaa nesteen sulkuventtiili (A) ja kaasu sulku venttiili
(B) irrottamalla karan kansi ja kiertamalla
kuusioavaimella vastapaivaan, kunnes se pysahtyy.

Sahkaoiskun valttamiseksi sulje huoltokansi.

3 |Kytke virta paalle vahintaan 6 tuntia ennen kayttoa
kompressorin suojaamiseksi.

4 |Muista asettaa yksikko kayttoliittymassa
jaahdytyskayttoon.

2 Aloita koekaytto

# Toimenpide Tulos
1 |Siirry aloitusvalikkoon.

Cool Set to

¥ 7| 28

2 |Paina vahintaan Service Settings -valikko

4 sekuntia. tulee esiin.
7 —
()=
3 |Valitse Test Operation. Service Settings 113

Test Operation

(j D Maintenance Contact
Field Settings
Demand

(1 D Min Setpoints Differential

Group Address
Return Setting B

4 |Paina. Aloitusvalikossa nakyy

(j Test Operation.
(@A VD)

Cool

X o &
0o

Test Operation
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9 Luovutus kayttajalle

Toimenpide Tulos = Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta
sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, etta
taydet asiakirjat I8ytyvat aiemmin tassd oppaassa ilmoitetusta
verkko-osoitteesta.

:: = Selitd kayttajalle, kuinka jarjestelmad kaytetddn oikein ja mita
(@A /D ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttajalle mitd toimia hanen on tehtava yksikon
kunnossapitoa varten.

5 |Paina 10 sekunnin Koekaytto alkaa.
kuluessa.

3 Seuraa toimintaa 3 minuutin ajan.

4 Lopeta koekaytto.

# Toimenpide Tulos e
1 |Paina vahintaan Service Settings -valikko 10 Havittaminen
4 sekuntia. tulee esiin.

Laitteen purkaminen seka kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien

D kasittely tulee tehdé soveltuvan lainsdadanndn mukaisesti.
(@A )

2 |Valitse Test Operation. Service Settings 113 A -
11 Tekniset tiedot
(j D Maintenance Contact
Field Settings . . . . . .
Demand = Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
(1 D Min Setpoints Differential . e . . . . .
Group Address alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
EReturn Setting s

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
3 |Paina. Yksikko palaa normaaliin alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

7 O tomlntatllgan, ja i
aloitusvalikko tulee esiin.
(@A /D

8.4 Vikakoodit koekayton
suorittamisen aikana

Jos ulkoyksikdn asennusta El ole tehty oikein, seuraavat vikakoodit
voivat nakya kayttoliittymassa:

Vikakoodi Mahdollinen syy
Mitdan ei nay = Johdotus on irti tai virheellinen
(asetettua lampétilaa I(V|rtgla.1.htee.>nuj.a quo.y./I.(s.l.kon. \./_allllz?, "ulk<.)-
ei nayteta) ja sisayksikoiden valilla, sisayksikon ja
kayttoliittyman valilla).
= Ulko- tai sisdyksikon piirilevyn sulake on
palanut.
E3, E4 tai L8 = Sulkuventtiilit ovat kiinni.
= llmanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
E7 Kolmevaiheisesta virtalahteesta puuttuu
yksi vaihe.
Note: Laitetta ei voida kayttaa. Katkaise
virta, tarkista johdotus uudelleen ja vaihda
kahden sahkdjohdon paikkaa kolmesta.
L4 limanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
uo Sulkuventtiilit ovat kiinni.
U2 = Jannitteen epatasapaino.
= Kolmevaiheisesta virtaldhteesta puuttuu
yksi vaihe. Note: Laitetta ei voida
kayttaa. Katkaise virta, tarkista johdotus
uudelleen ja vaihda kahden sahkéjohdon
paikkaa kolmesta.
U4 tai UF Yksikoiden valinen haarajohdotus on vaara.
UA Ulkoyksikko ja sisayksikko eivat ole
yhteensopivia.
9 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta
kayttaja ymmartaa seuraavat asiat selkeasti:

Asentajan viiteopas DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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11 Tekniset tiedot

11.1  Kytkentakaavio

Yhtenaisen johdotuskaavion selitys

Katso sovellettavia osia ja numerointia varten yksikén mukana toimitettua johdotuskaaviotarraa. Osanumerointi on merkitty kullekin osalle arabialaisilla
numeroilla laskevassa jarjestyksessa ja se osoitetaan seuraavan yleiskuvan osanumerossa symbolilla ™.

Ve SUOJAKATKAISIJA @ SUOJAMAADOITUS
—@— LITANTA @ SUOJAMAADOITUS (RUUVI)
=
= , LITIN @ TASASUUNTAAJA
L MAADOITUS —-)— RELELITIN
s i B == ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS I@ OIKOSULKULIITIN
_E_ SULAKE —(O— KYTKENTA
_'@‘_ SISAYKSIKKO (T 1] KYTKENTARIMA
INDOOR
-_&_ ULKOYKSIKKO c e JOHTOPIDIKE
OUTDOOR
BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK : VAALEANPUNAINEN WHT VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRPPPL : PURPPURA YLW :  KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED : PUNAINEN
AP PAINETTU PIRILEVY PS PAAVIRRAN KYTKENTA
BS* PAINIKEKYTKIN PAALLA/POIS, KAYTTOKYTKIN PTC* PTC-TERMISTORI
BZ HO SUMMER Q* ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTOR! (IGBT)
c KONDENSAATTORI QDI MAAVUOTOSUOJAKATKAISIA
AC*, CN¥, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, LITANTA, LITIN QL YLIKUORMASUOJA
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, XA
D%, V'D DIODI am LAMPOKATKAISIN
DB* DIODISILTA R VASTUS
DS DIP-KYTKIN RT TERMISTORI
E*H LAMMITIN RC VASTAANOTIN
F*U, FU* (KATSO TIETOJAYKSIKON SULAKE s'C RAJOITUSKYTKIN
SISAISESTAPIRILEVYSTA)
FG* LITIN (KEHYKSEN MAADOITUS) S'L UIMURIKYTKIN
H* JOHTOSARJA S*™NPH PAINEANTURI (KORKEA)
H*P, LED*, V'L MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED) S*™NPL PAINEANTURI (MATALA)
HAP VALODIODI (LED) (HUOLTOVALVONTA, VIHREA) S*PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)
KORKEAJANNITE KORKEAJANNITE S*PL PAINEKYTKIN (MATALA)
IES ALYKAS SILMA -ANTURI ST TERMOSTAATTI
IPM* ALYKAS VIRTAMODUULI S*W, SW* KAYTTOKYTKIN
KR, KCR, KFR, KHUR MAGNEETTIRELE SA¥ YLIJANNITESUOJA
L LIVE SR*, WLU SIGNAALIVASTAANOTIN
L KIERUKKA Ss VALINTAKYTKIN
'R KURISTIN SHEET METAL KYTKENTARIMAN KIINTEA LEVY
M VAIHEMOOTTORI TR MUUNTAJA
MC KOMPRESSORIN MOOTTORI TC,TRC LAHETIN
M TUULETINMOOTTORI VRV VARISTORI
MP TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI VR DIODISILTA
M*s SUUNTAMOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNEETTIRELE X KYTKENTA
N NEUTRAALI XM KYTKENTARIMA (RIVILITIN)
n=* FERRITTISYDAMEN KIERROSTEN MAARA Y'E ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KIERUKKA
PAM PULSSIN AMPLITUDIN MODULAATIO YR Y'S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN KIERUKKA
Piilevy* PAINETTU PIRILEVY zC FERRITTISYDAN
PM* VIRTAMODUULI ZFZF KOHINASUODATIN
FDXM25~60F3V1B DAIKIN Asentajan viiteopas
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