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1 Opce mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

= Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.

= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne
teme, stoga ih pazljivo slijedite.

= Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priru¢niku za
postavljanje i u referentnom vodi¢u za instalatera mora izvesti
ovlasteni instalater.

111 Znacenje upozorenja i simbola

A OPASNOST

Oznaduje situaciju koja rezultira smrcu ili teSkom ozljedom.

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom
opasnim po zivot.

B

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama
zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

B

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

B

UPOZORENJE

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom
ozljedom.

>

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili
srednje teSkom ozljedom.

OBAVIJEST

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati oStec¢enjem
opreme ili imovine.

e bP

INFORMACIJE

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

=

Simbol Objasnjenje

Prije postavljanja, procitajte priru¢nik za
postavljanje i rukovanje, i list uputa za ozi€enje.

8=

Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih
zadataka, procitajte servisni priru¢nik.

Za vise informacija pogledajte referentni vodic za
instalatera i korisnika.

E
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1 Opcée mjere opreza

1.2 Za instalatera

1.21 Opcenito

Ako niste sigurni kako se uredaj postavlja ili kako se njime rukuje,
obratite se svom zastupniku.

@ OBAVIJEST

Nepravilno postavljanje ili pri€vrS§¢ivanje opreme ili
dodatnog pribora moze izazvati strujni udar, kratki spoj,
curenje, pozar ili druga ostec¢enja opreme. Upotrebljavajte
samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne
dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.

UPOZORENJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni
materijali udovoljavaju vaze¢im zakonima (povrh uputa
opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).

OPREZ

Nosite odgovarajuéu osobnu zastitnu opremu (zastitne
rukavice, sigurnosne naocale...) prilikom instalacije,
odrzavanja ili servisiranja sustava.

UPOZORENJE

Rasparajte i bacite plasti¢ne vre€ice za pakiranje kako se
nitko ne bi njima igrao, a pogotovo djeca. Moguci rizik:
gusenije.

B> Bl P

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

= Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod
rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli
bi biti prevrudi ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na
normalnu temperaturu. Ako ih morate dirati, nosite
pritom zastitne rukavice.

B

= NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slu¢ajno
isteku.

UPOZORENJE

Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala
skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male Zzivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

>

A OPREZ

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijska krilca uredaja.

OBAVIJEST

= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
plocu jedinice.

= NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na
nju.

@ OBAVIJEST

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom
vremenu kako biste izbjegli prodiranje vode.

U skladu s vazec¢im zakonima proizvodu ¢ete mozda morati priloziti
zapisnik koji sadrzi barem informacije o odrzavanju, popravcima,
rezultatima testova, razdobljima mirovanja...

Takoder, na dostupnom mjestu uz proizvod treba navesti barem
sliedece podatke:

= upute za iskljuCivanje sustava u slu€aju nuzde
= naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice

= naziv, adresu te brojeve dnevnih i no¢nih telefona za dobivanje
usluge.

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj
zapisnik.

1.2.2 Mjesto postavljanja

Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje
zraka.

Uvjerite se da mjesto postavljanja moze podnijeti tezinu uredaja i
vibracije.

Osigurajte dobro prozracivanje prostora. NEMOJTE zaprijeciti ni
jedan otvor za provjetravanje.

= Pazite da je uredaj niveliran.

Uredaj NE postavljajte na slijedeé¢im mjestima:

= U potencijalno eksplozivhom okruzenju.

Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove.
Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja i
prouzrociti greske u radu opreme.

= Na mjestima gdje postoji opasnost od pozZara zbog curenja

zapaljivih plinova (primjer: razrjedivag ili benzin), uglji¢nih vlakana,
zapaljive praSine.

Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer:
sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova moze
prouzrociti istjecanje rashladnog sredstva.

1.2.3 Rashladno sredstvo

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.

@ OBAVIJEST

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava
vazecim zakonima. U Europi vrijedi standard EN378.

@ OBAVIJEST

Pazite da vanjske cijevi i priklju¢ci ne budu izlozeni
naprezanju.

A UPOZORENJE

Tijekom testiranja NIKAD proizvod ne izlazite tlaku viSem
od maksimalnog dopustenog (kao $to je naznaceno na
nazivnoj plocici jedinice).

A UPOZORENJE

U sluCaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite
odgovarajuc¢e mjere opreza. Ako rashladni plin curi, odmah
prozracite prostor. Moguéi rizici:

= Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u
zatvorenoj prostoriji moze prouzrociti manjak kisika.

= Ako rashladni plin dode u kontakt s vatrom, moze
nastati otrovni plin.

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Prepumpavanje — Curenje rashladnog sredstva. Ako
Zelite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu
rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja
kojom mozete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti
u vanjsku jedinicu. Possible consequence:
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska
zraka u kompresor tijekom rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica
kompresora NE mora raditi.

Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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A UPOZORENJE

Uvijek prikupite otpadno rashladno sredstvo. NE ispustajte
ih izravno u okoli§. Za praznjenje instalacije upotrijebite
vakuumsku crpku.

A UPOZORENJE

U slucaju istjecanja slane vode poduzmite odgovarajuce
mjere opreza. Ako slana voda istjeCe, odmah prozracite
prostor i obratite se svom lokalnom dobavljacu.

OBAVIJEST

Nakon priklju€ivanja svih cijevi provjerite ne curi li negdje
plin. Za detekciju istjecanja plina upotrijebite dusik.

OBAVIJEST

= Da biste izbjegli kvar kompresora, NE punite vise od
dopustene koli¢ine rashladnog sredstva.

= Ako sustav s rashladnim sredstvom treba otvoriti, s
rashladnim sredstvom treba postupiti u skladu s
primjenjivim propisima.

A UPOZORENJE

U sustavu ne smije biti kisika. Rashladno sredstvo moze
se puniti tek nakon testa curenja i vakuumskog isusivanja.

U slu€aju potrebe za dodatnim punjenjem pogledajte nazivnu
ploCicu jedinice. Na njoj je navedena vrsta i potrebna koli¢ina
rashladnog sredstva.

Ova jedinica tvorni¢ki je napunjena rashladnim sredstvom. Ovisno
o veli¢ini i duljini cijevi neki sustavi zahtijevaju dodatno punjenje
rashladnog sredstva.

Upotrebljavajte alate iskljucivo za vrstu rashladnog sredstva koja

se rabi u sustavu kako biste osigurali otpor tlaka i sprijecili ulazak
stranih tvari u sustav.

Tekuée rashladno sredstvo punite na sljedec¢i nacin:

A UPOZORENJE

Temperatura u okolini unutar jedinice moze postati puno
veca od sobne temperature, npr. 70°C. U slucaju istjecanja
slane vode, vruéi dijelovi unutar jedinice mogu dovesti do
opasne situacije.

A UPOZORENJE

Upotreba i instalacija uredaja MORA biti u skladu sa
sigurnosnim mjerama opreza i mjerama za zastitu okolisa
utvrdenima primjenjivim propisima.

1.2.5 Voda

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.

@ OBAVIJEST

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa EU Direktivom
98/83 EZ.

1.2.6 Elektricno

A OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA

SMRTNIM POSLJEDICAMA
= Potpuno iskljucite napajanje prije skidanja poklopca s
razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili

Ako Tada dodirivanja elektrinih dijelova.
Postoji sifonska cijev Punite tako da je cilindar u = Prije servisiranja odspojite napajanje, pricekajte vise od
uspravnom poloZaju. 1 minute pa izmjerite napon na stezaljkama elektricnog

'(,tl' na C',“ndnf je oznaka L kondenzatora glavnog strujnog kruga ili elektricnim

oprgmljfn sifonom za punjenje komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC

tekucine”) da biste mogli dodirnuti elektricne komponente.
Lokaciju stezaljki potrazite u shemi ozicenja.

= NE dodirujte elektricne komponente mokrim rukama.

NEMA sifonske cijevi Punite tako da je cilindar okrenut = NE ostavljajte jedinicu bez nadzora kada je s nje
naopako. uklonjen servisni poklopac.

A UPOZORENJE
Ako NIJE tvornicki ugraden, u fiksno ozicenje MORA se

ugraditi glavni prekidac ili drugi uredaj za odspajanje kod
kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima,
¢ime se jamc¢i potpuno odspajanje propisano za
prenaponsku kategoriju Ill.

= Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.

= Napunite tekuc¢im rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u
plinovitom obliku moglo bi onemoguciti ispravan rad.

A OPREZ

Kada se dovrsi ili privremeno zaustavi postupak punjenja
rashladnog sredstva, odmah zatvorite ventil spremnika
rashladnog sredstva. Ako se ventil ne zatvori odmah, zbog
preostalog tlaka mogla bi se napuniti dodatna koli¢ina
rashadnog sredstva. Possible consequence: neto¢na
koli¢ina rashladnog sredstva.

1.24 Slana voda

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte prirucnik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.

UPOZORENJE
Odabir slane vode MORA biti u skladu s vazec¢im
propisima.
FDXM25~60F3V1B DAIKIN Referentni vodi¢ za instalatera
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2 O dokumentaciji

A UPOZORENJE
= Upotrebljavajte SAMO bakrene zice.

= Pobrinite se da oZi¢enje na mjestu ugradnje udovoljava
vazecim zakonima.

= Sva ozicenja moraju biti provedena u skladu sa
shemom ozicenja koja se isporucuje s proizvodom.

= NIKADA ne stiscite viSezilne kabele te se pobrinite da
kabeli ne dolaze u dodir s cijevima i o$trim rubovima.
Pazite da nema vanjskog naprezanja na priklju¢ne
stezaljke.

= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte
jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili
uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje moze
prouzrociti strujni udar.

= Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne
dijelite izvor napajanja s nekim drugim uredajem.

Provjerite jeste li postavili potrebne osigurace ili
prekidace strujnog kruga.

= Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja. U
suprotnom moze doci do strujnog udara ili pozara.

Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provijerite je
li ona kompatibilna s inverterom (otporna na elektricne
smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.

OBAVIJEST

Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:
= Ne spajajte zice razli¢itih promjera na isti priklju¢ak za
napajanje (nezategnutost u ozi¢enju moze izazvati
nenormalno zagrijavanje).
= Kada spajate Zice jednakog promjera, spajajte ih prema
donjoj slici.

O X X

= Za ozi€enje upotrijebite zicu namijenjenu za napajanje i
¢vrsto je spojite, a zatim osigurajte da se sprijeCi
prenoS$enje naprezanja na razvodnu plocu.

= Upotrijebite odgovarajuéi odvijat za pritezanje vijaka
prikljucka. Odvija¢é s malim vrhom ¢e ostetiti glavu i
onemoguciti pravilno pritezanje.

= Prejako zatezanje vijaka prikljucnice moze ih slomiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da
biste sprijecili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od
1 metra mozda nece biti dovoljna.

A UPOZORENJE

= Po zavrSetku radova na elektrici provjerite jesu li sve
elektricne komponente i prikljucak u kutiji s elektricnim
dijelovima dobro spojeni.

= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja
jedinice.

@ OBAVIJEST

Postavljanje je mogu¢e samo ako je napajanje trofazno, a
kompresor se moze ukljuciti, odnosno iskljuciti.

Ako postoji moguénost reverzne faze nakon kratkotrajnog
nestanka struje te ponovnog uklju€ivanja napajanja tijekom
rada uredaja, krug zastite reverzne faze prikljucite lokalno.
Rad uredaja u reverznoj fazi moze pokvariti kompresor i
druge dijelove.

2 O dokumentaciji

21 O ovom dokumentu

INFORMACIJE

Provjerite ima |i korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite
galje da je Cuva za buduéu upotrebu.

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri

Izl INFORMACIJE

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaca:

= Opce mjere opreza:
= Sigurnosne upute koje morate procitati prije postavljanja
= Format: Papir (u pakiranju vanjske jedinice)
= Priruénik za postavljanje unutarnje jedinice:
= Upute za postavljanje
= Format: Papir (u pakiranju vanjske jedinice)
= Referentni vodi¢ za instalatera:
= Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci,...

= Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronaci na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.
Tehni¢ko-inzinjerski podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehnickih podataka dostupan je na Daikin
extranetu (potrebna autentikacija).

3 O pakiranju

3.1 Pregled: O pakiranju

Daje informacije o:

= Raspakiranje i rukovanje jedinicama
= Vadenje pribora iz jedinica

Imajte na umu slijedece:

= Prilikom isporuke jedinicu treba pregledati zbog oSteé¢enja. Svako
oStec¢enje odmah prijavite otpremnikovu agentu za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu Sto blize mjestu konacnog
postavljanja da bi se sprijecilo oSte¢enje prilikom transporta.

Referentni vodi¢ za instalatera

6

DAIKIN

FDXM25~60F3V1B
Split sustav za klimatizaciju
4P482333-1 — 2017.03


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

4 O jedinicama i opcijama

3.2

3.21

Unutarnja jedinica

Otvaranje posiljke i rukovanje uredajem

4.2 Raspored sustava

Kod dizanja uredaja koristite om¢e od mekanog materijala ili zastitne
ploCe zajedno s uzetom. Time se sprjeCavaju oStecenja ili ogrebotine
uredaja.

Podizite uredaj drzeci za konzole bez pritiskanja na druge dijelove,
posebno na cjevovod rashladnog sredstva, cjevovod za kondenzat, i
druge plasti¢ne dijelove.

3.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s
unutarnje jedinice
a b ¢ d € f g
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h i i k 1
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Priru¢nik za postavljanje
Priruénik za rukovanje

Opée mjere opreza

Podloske za obujmicu ovjesa
Vijci za prirubnice kanala
Metalna obujmica

Obloga za brtvljenje: mala i velika
Crijevo za kondenzat

Materijal za brtvljenje

Izolacija: Mala (cijev za tekucinu)
Izolacija: Velika (cijev za plin)
Vezice

Podloska za ploGu za u¢vrséivanje
Filtar za zrak

53 Cx—. Qa0 Q0T

4 O jedinicama i opcijama

4.1 Pregled: O jedinicama i opcijama
Ovo poglavlje sadrzi informacije o:
= Kombiniranje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica

= Kombiniranje unutarnje jedinice s opcijama

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica

Korisni¢ko sucelje

Usis zraka

1zlazni zrak

Cijev za rashladno sredstvo + kabel za povezivanje
jedinica

Cijev za kondenzat

Uzemljenje

-~ Q0T O

SQ

4.3 Kombiniranje jedinica i opcija

431

Sa sigurno$cu utvrdite da imate slijedece obavezne opcije:

Moguée opcije za unutarnju jedinicu

« Korisnitko suéelie: Ziéno ili beZiéno (pogledajte kataloge i
tehnicku literaturu radi odabira odgovarajuc¢eg korisni¢kog sucelja)

5 Priprema

5.1 Pregled: Priprema

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati prije odlaska na
mjesto postavljanja.

Daje informacije o:
= Priprema mjesta ugradnje
= Priprema cjevovoda za rashladno sredstvo

= Priprema elektricnog ozicenja

5.2 Priprema mjesta za postavljanje

= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje
zraka.

= Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donoSenje
i odnoSenje jedinice s mjesta.

FDXM25~60F3V1B
Split sustav za klimatizaciju
4P482333-1 - 2017.03

DAIKIN

Referentni vodi¢ za instalatera

7



5 Priprema

A UPOZORENJE
NEMOJTE postavljati klima uredaj na mjestu gdje postoji
opasnost od ispustanja zapaljivih plinova. Ako plin izlazi i
ostaje oko klima uredaja, moze buknuti pozar.

5.21 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje
jedinice

INFORMACIJE

Procitajte i sliedece uvjete:
= Op¢i uvjeti o mjestu postavljanja. Pogledajte poglavlje
“Opce mjere opreza”.
= Uvjeti za cjevovod rashladnog sredstva (duljina,

visinska razlika). ViSe potrazite u ovome poglavlju
“Priprema”.

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

OBAVIJEST

Oprema opisana u ovom priruéniku moze prouzrogiti
elektronske Sumove koje proizvodi energija radio-
frekvencije. Oprema zadovoljava specifikacije namijenjene
osiguravanju prihvatljive zastite od takovih smetnji. Ipak,
nema jamstva da se smetnje nece javiti i odredenim
instalacijama.

Stoga se preporucuje postaviti opremu i sve elektri¢ne Zice
na prikladnoj udaljenosti od stereo opreme, osobnih
racunala, itd.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da
biste sprijecili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od
1 metra mozda nece biti dovoljna.

Fluorescentna rasvjeta. Kada instalirate bezi¢no korisni¢ko
sucelje u prostoriji s fluorescentnom rasvjetom, vodite raCuna o
slijede¢em da se izbjegnu smetnje:

= Postavite bezi€no korisniCko sucelje Sto je moguce blize
unutarnjoj jedinici.

= Unutarnju jedinicu postavite Sto je dalje moguce od
fluorescentne rasvjete.

Prijemnik signala s ugradenim osjetnikom temperature mora
biti postavljeno na mjestu:

= blizu ulaznog otvora za zrak (kada postavljanje pored ulaznog
otvora nije mogucée, postavite ga 1.5 m iznad poda)

= gdje se ne ocekuje izlozenost hladnom ili toplom zraku.

= gdje signal ne moze biti ometan zavjesama, itd.

Pazite da u sluaju procurivanja, voda ne osteti mjesto
postavljanja i okolinu.

Odaberite mjesto na kojem vruci/hladni zrak koji izlazi iz jedinice ili
buka tijekom rada, NECE nikome smetati.

UPOZORENJE

NE postavljajte predmete ispod unutarnje if/ili vanjske
jedinice koje se mogu smociti. U tom stanju kondenzacija
na glavnoj jedinici ili cijevima rashladnog sredstva,
necistoca filtra zraka ili zaceplijenje odvoda mogu
uzrokovati kapanje. To moze naskoditi predmetima koji se
nalaze ispod jedinice ili ih moze onecistiti.

= Protok zraka. Sa sigurno$éu utvrdite da niSta ne ometa protok
zraka.

= Odvod kondenzata. Uvjerite se da kondenzirana voda moze
slobodno otjecati.

= lzolacija stropa. Kada temperatura u stropu premasuje 30°C i
kada je relativna vlaznost zraka veca od 80% ili ako se svjezi zrak
dovodi u strop, potrebna je dodatna izolacija (polietilienskom
pjenom debljine najmanje 10 mm).

= Zastitne reSetke. Obavezno postavite zastitne reSetke ispred
usisne i izlazne strane kako bi sprijeCili da netko dodirne propeler
ventilatora ili izmjenjivac topline.

Uredaj NE postavljajte na slijede¢im mjestima:

= Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice
mineralnih ulja, rasprSene Cestice ili pare. Plasticni dijelovi se
mogu ostetiti i prouzrogiti procurivanje vode.

NE preporucujemo postavljanje jedinice na sljedec¢a mjesta jer time
mozete skratiti vijek trajanja jedinice:

= Gdje napon mnogo varira

= U vozilima ili plovilima

= Gdje ima kiselih ili luznatih para

= Za postavljanje upotrijebite svornjake za vjeSanje.

= Udaljenosti. Imajte na umu slijedece zahtjeve:

Y
I
L a

A\

[ G

400

>
= Z

W
d (mm)

A Minimalna udaljenost od poda:

2,7 m kako bi se izbjeglo slu¢ajno dodirivanje.

2.5 m u slu¢aju da je ventilator pokriven (npr. spustenim
stropom, resetkom, ...)

Upravljacka kutija

Prostor za odrzavanje

Strop

Povrsina poda

Izaberite dimenziju tako da se zajam¢i pad od najmanje
1/100

200
e: 2240

c

®©OQ0TQ

5.3 Priprema cjevovoda rashladnog
sredstva

5.31 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva

INFORMACIJE

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u
poglavlju "Opce mjere opreza".

Materijal cijevi rashladnog sredstva

= Materijal cijevi: BeSavne bakrene deoksidirane fosfornom
kiselinom.

= Stupanj tvrdoce i debljina cijevi:

Vanjski promjer | Stupanj tvrdoée | Debljina (t)®

()]
6,4 mm (1/4") Napusteno (O) >0,8 mm N
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

Referentni vodi¢ za instalatera
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6 Instalacija

(a) Ovisno o vazecim propisima i maksimalnom radnom tlaku
jedinice (pogledajte "PS High" na nazivnoj plocici jedinice),
mozda ¢e biti potrebna veca debljina cijevi.

Promijer cijevi rashladnog sredstva

Upotrijebite iste promjere kao za spojeve na vanjskim jedinicama:

A UPOZORENJE

= Sve radove oko ozi€enja mora izvrSiti ovlasteni
elektricar i moraju biti u skladu s vazec¢im zakonima.

= Elektriéne prikljucke spojite na fiksno ozicenje.

= Sve lokalno nabavljene komponente i svi elektricni
radovi moraju biti u skladu s vaze¢im zakonima.

Model L1 cijev tekucine L1 cijev plina
FDXM25+35 06,4 29,5
FDXM50+60 76,4 @12,7

5.3.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

= Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:

= s toplinskom propusnosti izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i
0,045 kcal/mh°C)

= Cija toplinska otpornost je najmanje 120°C

= Debljina izolacije

UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte viseZilni
kabel.

Vanjski promjer Unutarnji promjer | Debljina izolacije (t)
cijevi (@) izolacije (9))
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
ﬂb\/ i,
Wt
&

Ako je temperatura visa od 30°C, a vlaga visa od 80%, debljina
materijala za izolaciju treba biti najmanje 20 mm kako bi se sprijeCila
kondenzacija na povrsini izolacije.

54 Priprema elektri€nog ozi€¢enja

5.4.1 O pripremi elektricnog ozi¢enja

6 Instalacija

6.1 Pregled: Postavljanje

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati na mjestu ugradnje da
biste instalirali sustav.

Uobicajeni tijek rada

Instalacija se tipi¢no sastoji od sljedec¢ih faza:
= Montaza vanjske jedinice.

= Montaza unutarnje jedinice.

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo.
= Provjera cjevovoda rashladnog sredstva.

= Punjenje rashladnog sredstva.

= Spajanje elektri¢cnog ozZi¢enja.

= ZavrSavanje vanjske instalacije.

= Zavr$avanje unutarnje instalacije.

INFORMACIJE

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u
poglavlju "Opée mjere opreza".

A UPOZORENJE

= Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogreSna, moglo
bi doci do kvara na opremi.

= Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu
na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje
telefona. Nepotpuno uzemljenje moze prouzrociti strujni
udar.

= Postavite potrebne osigurace ili prekidace.

= Elektricno ozicenje ucvrstite kabelskim vezicama tako
da kabeli NE dodu u kontakt s oStrim rubovima ili
cijevima, osobito na strani visokog tlaka.

= NE upotrebljavajte oblozene Zice, upletene Zice vodica,
produzne kabele ili prikljucke sa zvjezdastog sustava.
Mogu prouzro€iti pregrijavanje, strujni udar ili pozar.

= NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, buduci
da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator
za brzanje u fazi smanjit ¢e performanse i moze
prouzrociti nezgode.

INFORMACIJE

Ovo poglavlje opisuje samo upute za postavljanje
specificne za unutarnju jedinicu. Za ostale upute,
pogledajte:

= Prirunik za postavljanje vanjske jedinice
= Priru¢nik za postavljanje korisnickog sucelja

= Priru¢nik za postavljanje ukrasne ploce

6.2 Montaza unutarnje jedinice

6.2.1 Mjere opreza prilikom postavljanja
unutarnje jedinice

INFORMACIJE

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim
poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema

6.2.2 Smijernice kod postavljanja unutarnje
jedinice

INFORMACIJE

Dodatna opcijska prema. Prilikom postavljanja dodatne
opreme procitajte prirucnik za postavljanje dodatne
opreme. Ovisno o uvjetima na licu mjesta, mozda ¢ée biti
jednostavnije najprije postaviti dodatnu opremu.

FDXM25~60F3V1B
Split sustav za klimatizaciju
4P482333-1 - 2017.03
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6 Instalacija

- Cvrstoéa stropa. Provjerite je li strop dovoljno &vrst da podnese
tezinu jedinice. Ako postoji opasnost, pojacajte strop prije
postavljanja uredaja.

= Za postojece stropove, koristite sidra.

= Za nove stropove,upotrijebite udubliene umetke, udubljena
sidra ili druge dijelove u lokalnoj nabavi.

= Svornjaci za vjeSanje. Za postavljanje upotrijebite svornjake za
vjieSanje W3/8 M10. Nataknite kutnik za vjeSanje na svornjak za
vjeSanje. Dobro ju uévrstite pomo¢u matice i podloSke s donje i
gornje strane kutnika za vjeSanje.

a2

= Dimenzije otvora na stropu. Sa sigurno$¢u utvrdite da je stropni
otvor unutar slijedecih granica:

=2 S
AT I
a Ulaz zraka
b Izlaz zraka
¢ Usisni poklopac
5 Postavite filtar za zrak (pribor) pritiskanjem kop¢i prema dolje (2
kopce za tip 25+35, 3 kopcCe za tip 50+60).
< straznji usis usis odozdo
f o
|
° \f s00 d
620
Klasa A (mm) B (mm) = Postavite jedinicu privremeno.
FDXM25+35 740 790 6 Nataknite kutnik za vjeSanje na svornjak za vjeSanje.
FDXM50+60 1140 1190 7 Dobro ucvrstite jedinicu.
a1 Matica (lokalna nabava) = Libela. Pomocu klasi¢ne libele ili plasticnog crijeva s vodom
a2 Dvostruka matica (nije u isporuci) provjerite je li jedinica nivelirana na sva Cetiri kuta.

b Podloska (pribor)

Kutnik za vjeSanje
Upravljacka kutija

Razmak ovjesnih svornjaka
Dimenzije jedinice

-0 Q0

= Vanjski staticki tlak. Pogledajte tehniCku dokumentaciju da se ne
premasi raspon vanjskog stati¢kog tlaka jedinice.

= Otvor na stropu. (Strop s otvorom za postavljanje) a Libela

. L e T b Plasti¢ ij
1 Provedite sve cijevi i ozi¢enje kroz rupe na jedinici. asticna cllev

8 Stegnit j ticu.
2 Sa sigurnoscu utvrdite da je strop vodoravan. egnite gornju maticu

« Primjer postavljanja: @ OBAVIJEST

NEMOJTE  postaviti  jedinicu  nagnuto.  Possible
consequence: Ako je jedinica nagnuta u smjeru toka
kondenzata (strana s odvodnim cijevima je podignuta),
prekida¢ s plovkom mozda nece ispravno raditi i prouzrocit
¢e kapanje vode.

a  Sidreni svornjak 6.2.3 Smijernice kod postavljanja kanala
b Stropna plo¢a
¢ Dugacka matica ili navojna ¢ahura Kanale treba nabaviti lokalno
d Ovjesni svornjak ’
e Unutarnja jedinica = Strana ulaza zraka. Spojite kanal i prirubnicu na strani usisa
= Postavite usisni poklopac i filtar za zrak (pribor) U sludaju (lokalna nabava). Za spajanje prirubnice upotrijebite 7 vijaka iz
donjeg usisa: pribora.

3 Uklonite usisni poklopac.

Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN FDXM25~60F3V1B
1 O Split sustav za klimatizaciju
4P482333-1 - 2017.03



6 Instalacija

Efﬁ'v
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d e e d

Vijci za spajanje (pribor)
Prirubnica (lokalna nabava)
Glavna jedinica

Izolacija (lokalna nabava)

e Aluminijska traka (lokalna nabava)

0T

= Filtar. Svakako unutar prolaza za zrak na usisnoj strani postavite
filtar za zrak. Upotrijebite filtar sa sposobno$¢u sakupljanja
prasine od 250% (po gravimetrijskoj metodi). Isporuceni filtar se
ne upotrebljava, ako je usisni kanal pricvrscen.

= Strana izlaza zraka. Spojite kanal u skladu s unutarnjom
dimenzijom prirubnice na izlaznoj strani.

* Propustanje zraka. Omotajte aluminijsku traku oko spoja
prirubnice na usisnoj strani i kanala. Pazite da ni na jednom od
spojeva ne izlazi zrak.

= lzolacija. lIzolirajte kanal da se sprijeCi stvaranje kondenzata.
Upotrijebite staklenu vunu ili polietilensku pjenu debljine 25 mm.

6.2.4 Smijernice pri postavljanju odvodnog
cjevovoda

Opc¢e smjernice

= Crpka za kondenzat. Za ovaj "tip visokog dizanja", zvuk odvodnje
¢e biti tiSi kada se crpka za kondenzat postavi vise. Preporu¢ena
visina je 300 mm.

= Duljina cijevi. Neka cjevovod bude $to je moguce kraci.

= Dimenzija cijevi. Dimenzije cijevi moraju biti jednake ili vece od
dimenzija spojne cijevi (vinilna cijev nazivhog promjera 20 mm i
vanjskog promjera 26 mm).

= Pad nagiba. Sa sigurnoscu utvrdite da cijevi imaju pad (najmanje
1/100) da se sprije€i zarobljavanje zraka u cijevima. Koristite
ovjesne Sipke (konzole) kao $to je prikazano.

C b

a Ovjesna Sipka
O Dopusteno
X Nije dopusteno

= Kondenzacija. Poduzmite mjere protiv kondenzacije. l|zolirajte
sve cijevi za odvod kondenzata unutar zgrade.

Za prikljué¢ivanje cjevovoda za kondenzat na
unutarnju jedinicu

@ OBAVIJEST

Nepravilno spajanje odvodne cijevi moze uzrokovati
curenja i oStecenje mjesta instalacije i okoline.

1 Crijevo za odvod navucite $to je dalje moguce vise preko

6 Spajanje cijevi za kondenzat na odvodno crijevo.

na b

<4 mm

—d

4 AA" i— c 3
(@)=

Spoj odvodne cijevi (pricvr§éene na jedinicu)
Crijevo za kondenzat (pribor)

Metalna obujmica (pribor)

Siroka podlozna brtva (pribor)

Izolacija (cijevi za kondenzat) (pribor)
Cjevovod kondenzata (nije u isporuci)

-0 Q0T Q

@ OBAVIJEST

= NEMOJTE vaditi ¢ep sa cijevi za odvod kondenzata.
Voda bi mogla procuriti.

= Odvod se koristi samo za ispustanje vode ako se prije
odrzavanja ne upotrijebi crpka.

= Cep izljeva stavijajte i vadite paZljivo. Pretjerana sila
moze izobliciti izljevni prikljucak i izljevnu pliticu.

lzvlaenje cepa.

= NEMOJTE pomicati ¢ep gore-dolje.

Umetanje ¢epa.

= Namjestite Cep i ugurajte ga pomocu kriznog odvijaca.

a Ispusnicep
b Krizni odvija¢

Za provjeru curenja vode

Postepeno dodajte priblizno 1 | vode u pliticu za kondenzat i
provjerite da nema curenja.

odvodne cijevi. a
2 Stezite metalnu obujmicu sve dok glava vijka ne bude manje od
4 mm od obujmice. b
3 Provjeravajte da nema curenja vode (vidi Za provjeru curenja d e
vode). c
Postavite dijelove za izolaciju (cijevi za kondenzat).
a lzlaz zraka
Omotajte veliku brtvenu oblogu (= izolacija) oko metalne b Prijenosna pumpa
obujmice i crijeva za odvod kondenzata i uévrstite ih kabelskim ¢ Kanta
b d Cijevi za rashladno sredstvo
vezicama. e Izljev kondenzata
FDXM25~60F3V1B DAIKIN Referentni vodi¢ za instalatera
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6 Instalacija

6.3 Priklju€ivanje cjevovoda
rashladnog sredstva

6.3.1 O spajanju cjevovoda za rashladno
sredstvo

Prije spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo
Utvrdite da su vanjska i unutarnja jedinica postavljene.
Uobicajeni tijek rada
Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaca:
= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu
= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na unutarnju jedinicu
= |zoliranje cijevi rashladnog sredstva
= Drzite na umu smijernice za:

= Savijanje cijevi

« Sirenje zavréetaka cijevi

= Tvrdilem

= Koridtenje zapornih ventila

6.3.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi
rashladnog sredstva

INFORMACIJE

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim
poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

OPREZ

= NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proSirenom dijelu
cijevi.

B> B

= Da se zajamdi vijek trajanja, NIKADA uz ovu jedinicu
nemojte ugraditi susilo. Materijal za isuSivanje se moze
otopiti i oStetiti sustav.

OBAVIJEST

Uzmite u obzir slijedec¢e mjere kod cjevovoda rashladnog
sredstva:

= Izbjegavajte da u rashladni krug ude bilo $to (npr. zrak)
osim predvidenog rashladnog sredstva.

= Kada dodajete rashladno sredstvo upotrijebite samo
R32 ili R410A®,

= Za instalaciju koristite samo one alate (npr. manometar
razvodnika) koji se upotrebljavaju isklju¢ivo za
instalacije R32 ili R410A® i podnose tlak kako bi
sprijecili ulazak stranih tvari (npr. mineralnih ulja i
vlage) u sustav.

= Cjevovod treba postaviti tako da proSirenje na kraju
cijevi NIJE izlozeno mehani¢kom naprezanju.

= Zastitite cjevovod kako je opisano u slijedecoj tablici da
sprijecite ulazak necisto¢a, tekucine ili prasine u cijev.

= Pri postavljanju bakrenih cijevi kroz zidove potreban je
velik oprez (vidi sliku dolje).

O tipu rashladnog sredstva koje se koristi procitajte u
priruniku vanjske jedinice.

(a) O tipu rashladnog sredstva koje se koristi procitajte u
priruéniku vanjske jedinice.

X & X

Jedinica Razdoblje Nacin zastite
postavljanja
Vanjska jedinica >1 mjesec Pri¢vrstite cijev
<1 mjesec Pricvrstite cijev ili je
Unutarnja jedinica Bez obzira na spojite trakom
razdoblje

INFORMACIJE

NE OTVARAJTE zaporni ventil rashladnog sredstva prije
provjere cijevi rashladnog sredstva. Trebate li dodati
rashladno sredstvo, nakon dodavanja preporucuje se
otvaranje zapornog ventila rashladnog sredstva.

6.3.3 Smijernice pri spajanju rashladnog
cjevovoda
Prilikom spajanja cijevi imajte na umu sljedec¢e smjernice:

= Prilikom postavljanja reducirajuée navojne matice unutarnju stranu
proSirenja premazite eterskim ili esterskim uljem. Prije nego Sto je
¢vrsto pritegnete, zakrenite je 3 do 4 puta rukom.

— \
ST
|
/

= Pri otpusStanju reduciraju¢e navojne matice uvijek upotrijebite 2
klju€a zajedno.

= Prilikom spajanja cijevi, za pritezanje reducirajuc¢e navojne matice
uvijek zajedno upotrijebite viliCasti i momentni klju¢. Time cete
sprijeciti oSte¢enja i propustanje matice.

a Momentni klju¢
b Viligasti klju¢
¢ Spoj cijevi
d Reduciraju¢a navojna matica
Dimenzija Moment sile Dimenzije Oblik
cjevovoda |stezanja (Nem) | holendera (A) prosirenja
(mm) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 9°°*i
/508
29,5 33~39 12,8~13,2 S
@12,7 50~60 16,2~16,6 B (\R 04-08

6.3.4 Smijernice za savijanje cijevi

Za savijanje upotrijebite alat za savijanje cijevi. Sva savijanja cijevi
trebaju biti §to njeznija (polumjer savijanja treba biti 30~40 mm ili
veci).

Referentni vodi¢ za instalatera
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6 Instalacija

6.3.5 Za prosirivanje otvora cijevi

A OPREZ

= Nepotpuno proSirivanje moze dovesti do ispustanja
rashladnog plina.

= NE upotrebljavajte proSirenja viSekratno. Upotrijebite
nova proSirenja kako biste sprijecili istjecanje
rashladnog plina.

= Upotrijebite matice s proSirenjem koje su isporu¢ene uz

jedinicu. Upotreba drugacijih "holender" matica moze
prouzrociti istjecanje rashladnog plina.

1 Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi.

2 Uklonite srh s povrS§inom za rezanje okrenutom prema dolje
kako strugotine ne bi usle u cijev.

a—/\b

a Rezite to¢no pod pravim kutovima.
b Uklonite srh.

3 Uklonite maticu s proSirenjem sa zapornog ventila i stavite je na
cijev.

4 Prosirite cijev. Postavite to¢no u polozaj prikazan na sljedecoj
ilustraciji.

A

Alat za Uobicajeni alat za prosirivanje
PICELEIIS £ Tip spojke Tip s krilnom
R410A ili R32 (tip (Geljusti) maticom
Celjusti)
(Tip Ridgid) (tip Imperial)
1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

A 0~0,5 mm
5

Provjerite je li proSirenje pravilno napravljeno.
5— b

K

6.3.6  Za tvrdo lemljenje otvora cijevi

[

a Unutarnja povrsina proSirenja mora biti besprijekorna.

b Otvor cijevi mora biti podjednako prosiren tako da ¢ini
savrseni krug.

c Pazite da je stavljena holender matica.

Unutarnja i vanjska jedinica imaju prikljucke s proSirenjem. Spojite
oba kraja bez tvrdog lemljenja. Ako lemljenje bude potrebno, uzmite
u obzir sljedece:

= Kod lemljenja, upuhujte duSik da se sprijei stvaranje velikih
koli¢ina oksidiraju¢eg filma s unutarnje strane cjevovoda. Taj film
Stetno djeluje na ventile i kompresore u sustavu rashladnog
sredstva te sprjeCava pravilan rad.

= Podesite tlak duSika pomocu redukcijskog ventila na 20 kPa
(0,2 bar) (1. tek toliko da se na kozi moze osjetiti strujanje).

a b c d e
<ot _wre
a Cjevovod rashladnog sredstva
b Dio na kojem se izvodi tvrdi lem
¢ Omotano trakom
d  Rucéni ventil
e Redukcijski ventil
f Dusik

= NEMOJTE upotrebljavati anti-oksidans pri tvrdom lemljenju na
cjevovodu.
Talog moze zacepiti cijevi i ostetiti opremu.

= NEMOJTE upotrebljavati fluks pri tvrdom lemljenju bakar-na-bakar
na cjevovodu za rashladno sredstvo. Za tvrdi lem upotrijebite
fosforno bakreno metalno punilo (BCuP) koje ne zahtijeva fluks.
Fluks izuzetno $tetno djeluje na sustave cjevovoda rashladnog
sredstva. Upotreba klornog fluksa moze prouzro€iti koroziju cijevi,
a ako fluks sadrzi fluor, moze prouzrogiti kvarenje maziva.

6.3.7 Za prikljuéivanje cjevovoda rashladnog
sredstva na unutarnju jedinicu

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo R32 (ako je primijenjeno) u ovoj
jedinici je blago zapaljivo.®
(@) O tipu rashladnog sredstva koje se koristi procitajte u
priruéniku vanjske jedinice.

= Duljina cijevi. Neka cjevovod rashladnog sredstva bude $to je
moguce kraci.

= Spojevi 'holender' maticom. Spajanje cjevovoda za rashladno
sredstvo koriStenjem 'holender' spojeva.

= lzolacija. Izolirajte cjevovod za rashladno sredstvo na unutarnjoj
jedinici kako slijedi:

Cijev plina
Cijev tekucine

w >

I1zolacijski materijal (lokalna nabava)

Kabelska vezica (pribor)

Dijelovi izolacije: Veliki (cijev za plin), mali (cijev za
tekucinu) (pribor)

Holender matica (priévr§¢ena na jedinicu)

Spoj cijevi rashladnog sredstva (priévr§éen na jedinicu)
Jedinica

Obloge za brtvljenje: Srednja 1 (cijev za plin), srednja 2
(cijev za tekucinu) (pribor)

0O T

Q w0 Q

Savove izolacijskih obloga okrenite prema gore.
U¢vrstite za osnovu jedinice.

Zategnite kabelske vezice na dijelovima izolacije.
Omotajte materijal za brtvljenje od dna jedinice do vrha
spoja 'holender' maticom.

@ OBAVIJEST

Svakako izolirajte sav cjevovod rashladnog sredstva. Svaki
neoblozeni dio cijevi moze uzrokovati kondenzaciju.

BWN =

6.4 Spajanje elektricnog ozi€¢enja

6.4.1 ViSe o spajanju elektricnog ozi¢enja

Uobicajeni tijek rada

Spajanje elektricnog ozi¢enja tipi€no se sastoji od sljedecih faza:

1 Utvrditi odgovara li sustav elektricnog napajanju elektri¢nim
specifikacijama jedinica.

2 Spajanje elektricnog ozZi¢enja na vanjsku jedinicu.

3 Spajanje elektri¢cnog oZi¢enja na unutarnju jedinicu.

4 Spajanje glavnog elektri¢nog napajanja.

FDXM25~60F3V1B
Split sustav za klimatizaciju
4P482333-1 - 2017.03

DAIKIN

Referentni vodi¢ za instalatera

13



6 Instalacija

6.4.2 Mjere opreza za spajanje elektricnog @ OBAVIJEST
ozicenja Svakako pazite da vod napajanja i vod prijenosa drzite
odvojene jedan od drugog. Vod prijenosa i vod elektricnog
. INFORMACIJE napajanja smiju se krizati, ali ne smiju i¢i paralelno.
Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim 1 Uklonite servisni poklopac
poglavljima: '
a
= Opce mjere opreza %j %i
= Priprema poommooooes ,
OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA B L"’; i
SMRTNIM POSLJEDICAMA o Ry -
A UPOZORENJE @ L
Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte viseZzilni
kabel. ¢
A UPOZORENJE
Ako je kabel za napajanje oStecen, mora ga zamijeniti
proizvodaé, njegov zastupnik ili sliéna struéna osoba kako
bi se izbjegle opasnosti.
6.4.3 Smijernice za spajanje elektricnog A lzvan jedinice
X H B Unutar jedinice
ozicenja a Poklopac upravljacke kutije
Imaite na umu sliedece: 2 gﬁgjr::z;ligez;ameduvezu (ukljuuju¢i uzemljenje)
= Ako su posrijedi upletene Zice vodida, na vrh postavite okrugli d f/lpct)j 'f?tl’e'a'ggfi?”i‘?k°9 ,Sgée'ja
nelemljeni priklju¢ak. Okrugli priklju¢ak postavite na Zicu sve do ‘: Ot&\l/c?rmzi izbelg”eme (pribor)
pokrivenog dijela pa ga pri¢vrstite odgovaraju¢im alatom. g Zica

2 Kabel korisnickog sucelja: Provedite kabel kroz okvir, spojite
~ kabel na redne stezaljke i u€vrstite ga kabelskim vezicama.
I

3 Kabel za meduvezu (unutarnja—vanjska): Polozite kabel kroz

b a okvir, spojite kabel na redne stezalijke (pazite da se brojevi
a Upletena zica vodica podudaraju s brojevima na vanjskoj jedinici i spojite vodi¢
b Okrugli nelemljeni terminal uzemljenja) i uévrstite ga kabelskim vezicama.
* Za ugradnju Zica primijenite sljedece metode: 4 Omotajte kabele materijalom za brtvljenje (pribor) da se sprijeci

ulazak vode u uredaj. Zabrtvite sve procjepe da se sprijeCi
ulazak malih Zivotinja u sustav.
Jednozilna zica cb

L AA A UPOZORENJE
tA__ @ At c _@ Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala

Vrsta zice Nacin postavljanja

©

skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
a a radu, pojavu dima ili vatre.

a Uvijena jednozilna Zica
b Vijak

¢ Ravna podloska

Upletena Zica vodi¢a

s okruglim

nelemljenim

prikljuckom
a Prikljucak
b Vijak

¢ Ravna podloska

6.4.4  Za spajanje elektricnog ozi¢enja unutarnje
jedinice

Unutarnja tiskana plo¢a (ASSY)

OziCenje napajanja i vod uzemljenja

Prijenosno ozi¢enje i ozi¢enje korisnickog sucelja
Obujmice

Vazno je drzati vodove elektricnog napajanja i prijenosa odvojene
jedne od drugih. Da se izbjegnu elektricne smetnje razmak izmedu
tih oziCenja treba uvijek biti najmanje 50 mm.

ooTo >

5 Ponovo uévrstite servisni poklopac.

Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN FDXM25~60F3V1B
1 4 Split sustav za klimatizaciju
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7 Konfiguracija

1~ 50 Hz
220-240 V

e

Kabel za meduvezu

Kabel elektricnog napajanja
Strujni zastitni prekida¢ - FID
Osigura¢

Korisni¢ko sucelje

o 0T O

6.4.5 Specifikacije standardnih komponenti

ozi€enja

Komponenta Karakteristike
Kabel za meduvezu Minimalni presjek kabela
(unutarnja<—>vanjska) 2,5 mm?i primjenjivo za

230V

Oblozeni plasti¢ni prikljuéni
kabeli presjeka 0,75 do
1,25 mm?2 ili gajtani (2-zilni)

Kabel korisnickog sucelja

Maksimum 500 m

7 Konfiguracija

71 Podesavanje na mjestu ugradnje

IzvrSite slijede¢a podeSavanja na licu mjesta tako da odgovaraju
stvarnom postavu instalacije i potrebama korisnika:

= Podesavanje vanjskog statickog tlaka. Pogledajte tehniku
dokumentaciju o postavkama raspona vanjskog statickog tlaka.

= Za toplinsku pumpu. Ako Korisnici osjete hladnoc¢u tijekom
funkcije grijanja, podesite izlaznu reSetku kao $to je prikazano

dolje.
[
—o —

-
i
8 Pustanje u pogon

8.1 Pregled: pustanje u pogon

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati da biste sustav pustili
u rad nakon $to ga instalirate.

Uobicajeni tijek rada

Pustanje u pogon obi¢no se sastoji od sljedecih faza:
1 Provjera "Popisa provjera prije pustanja u rad".
2 Obavljanje probnog rada sustava.

8.2 Popis provjera prije pustanja u rad

NE pokrecite sustav prije nego $to provjerite da je sljedece u redu:

(] Procitajte  cjelovite upute za postavljanje koje su
navedene u referentnom vodicu za instalatera.

] Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.

U slucaju upotrebe bezicnog korisnickog sucelja:
Instalirana je ukrasna plo¢a unutrasnje jedinice s
infracrvenim prijemnikom.

L]

Vanjska jedinica pravilno je postavljena.

NEMA nedostajucih ili zamijenjenih faza.

Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su
zategnuti.

Osiguradi ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju
se u skladu su s ovim dokumentom i nisu premosteni.

Napon napajanja mora odgovarati
identifikacijskoj naljepnici uredaja.

naponu na

NEMA olabavljenih spojeva niti oSte¢enih elektricnih
dijelova u razvodnoj kutiji.

Otpor izolacije kompresora je u redu.

NEMA ostecenih dijelova niti priklijeStenih cijevi unutar
unutarnje i vanjske jedinice.

Rashladno sredstvo NE curi.

Postavljene su cijevi odgovarajuce veliine i cijevi su
pravilno izolirane.

Zaporni ventili (plina i tekuc¢ine) na vanjskoj jedinici
potpuno su otvoreni.

oo oo oioigig

8.3 Izvodenje pokusnog rada

Ovaj zadatak je primjenjiv samo kada se koristi korisnicko sucelje
BRC1E52 ili BRC1ES53. Kada se koristi bilo koje drugo sucelje,
pogledajte u servisni priru¢nik korisni¢kog sucelja.

@ OBAVIJEST

Nemojte prekidati probni rad.

INFORMACIJE

Pozadinsko svjetlo. Za izvodenje postupka
UKLJUCIVANJA/ISKLJUCIVANJA na korisnickom suéelju,
pozadinsko svjetlo ne ftreba svijetliti. Za svaki drugi
postupak, ono prvo treba biti upaljeno. Pozadinsko
osvijetljenje svijetli +30 sekundi kada pritisnete tipku.

1 Provedite uvodne korake.

FDXM25~60F3V1B
Split sustav za klimatizaciju
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9 Predaja korisniku

# Akcija Akcija Posljedica
1 |Otvorite zaporni ventil tekucine (A) i zaporni ventil plina 3 |Pritisnite. Jedinica se vra¢a na
(B) uklanjanjem kape s vretena i okretanjem imbus 7 O normalan rad i prikazuje se
kljuéem u smjeru suprotnom od kazaljke sata dok se @ pocetni izbornik.
ne zaustavi. (@ /D
8.4 Kodovi gresaka kod izvodenja
pokusnog rada
Ako instaliranje vanjske jedinice NIJE ispravno izvedeno, na
korisni¢kom sucelju se mogu prikazati slijedeci kodovi greSaka:
Zatvorite servisni poklopac da sprijecite elektri¢ni udar. Kéd greske Moguéi uzrok
Kako biste zastitili kompresor, obavezno ukljucite Nista nije prikazano  |= Ozi¢enje je otspojeno ili je nepravilno
napajanje 6 sati prije poCetka rada. i iania i i iedini
paj : ) - p J p ada. (trenutno podesena szedu napajanja i vanjﬁke‘ Je.dl.nlce,.
4 |Na korisni¢kom sucelju, podesite jedinicu na postupak temperatura se ne izmedu vanjske i unutarnjih jedinica i
hladenja. . . izmedu unutarnje jedinice i korisni¢kog
prikazuje) .
sucelja).
2 Pokrenite pokusni rad N ) . . . .
* Mozda je pregorio osigura¢ na tiskanoj
# Akcija Rezultat plo€ici vanjske ili unutarnje jedinice.
1 Idite na pocetni izbornik. E3,E4ili L8 = Zaporni ventili su zatvoreni.
Hladenje (pogna = Zaprijeen je ulaz ili izlaz zraka.
'.z:___ = 28°C E7 Nedostaje faza u sluéaju jedinica s
trofaznim napajanjem.
Note: Rad nece biti mogu¢. Iskljucite
2 |DrZite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik napajanje, ponovo provjerite oZicenje i
4 sekunde. Servisne postavke. zamijenite mjesta dvjema od tri elektri¢ne
D Zice.
M\ /D L4 ZaprijeCen je ulaz ili izlaz zraka.
- - uo Zaporni ventili su zatvoreni.
3 Izaberite Testni rad. Servisne postavke 13 - -
U2 = Postoji neravnoteza napona.
(j D Kontakt serviser
;‘:;‘f] eay * Nedostaje faza u slu€aju jedinica s
(@A VD Diferencialmin postavke trofaznim napajanjem. Note: Rad nece
@.:Gwa‘ e T biti mogu¢. Iskljucite napajanje, ponovo
provjerite ozi¢enje i zamijenite mjesta
4 Pritisnite. Na poét.atnom iZ.bornikU se dvjema od tri elektriéne Zice.
7 — prikazuje Testni rad. U4 ili UF Ozi¢enje medu jedinicama nije ispravno.
A\ /D UA Vanijska i unutarnja jedinica nisu
Hladenje kompatibilne.
o =
0o
" — : 9 Predaja korisniku
5 |Pritisnite unutar Pocinje pokusni rad.

10 sekundi.

GD
AT SO

3 Provjerite stanje rada kroz 3 minute.

4 Zaustavite pokusni rad.

GD
(Vo Y

# Akcija Posljedica

1 Drzite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik
4 sekunde. Servisne postavke.
7 —
= (S

2 |lzaberite Testni rad. Servisne postavke 13

Kontakt serviser

Lista postavki

Zahtjev

Diferencijal min postavke

Grupna adresa

& Povrat Postavka B3

Kada se =zavrSi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku
obavezno objasnite sljedece:

= Provijerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da
je €uva za buducu upotrebu. Obavijestite korisnika da cjelovitu
dokumentaciju moze pronac¢i na URL-u kako je ranije opisano u
ovom priruéniku.

= Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i §to mora
napraviti u slu¢aju problema.

= PokaZite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu odrZzavanja
jedinice.

10 Zbrinjavanje otpada

Rastavljanje uredaja i postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i
ostalim dijelovima, mora biti provedeno u skladu sa vazecim
propisima.

Referentni vodi¢ za instalatera
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11 Tehnicki podaci

11 Tehnicki podaci

= Podset najnovijih tehnic¢kih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
extranetu (potrebna autentikacija).

FDXM25~60F3V1B DAIKIN Referentni vodié za instalatera
Split sustav za klimatizaciju 1 7
4P482333-1 - 2017.03



11 Tehnicki podaci

111

Elektricka shema

Objedinjena legenda dijagrama ozi€enja

Primjenjive dijelove i brojéane oznake potraZite na naljepnici dijagrama ozicenja koja se nalazi na jedinici. Za brojéano oznacavanje svih dijelova upotriiebliene su
arapske brojke u uzlaznom redoslijedu, a ono je u pregledu u nastavku oznaceno simbolom ™" u $ifri dijela.

e PREKIDAC D ZASTITNO UZEMLJENJE
—@— PRIKLJUCAK ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
—(—=— , D» PRIKLJUCNICA @ ISPRAVLJAC
L UZEMLJENJE —-—)— PRIKLJUGAK RELEJA
s i B == LOKALNO OZICENJE Iﬁ‘ KRATKOSPOJNA PRIKLJUCNICA
e — OSIGURAC —O— TERMINAL
_@_ UNUTARNJA JEDINICA [T 1] PRIKLJUGNALETVICA
INDOOR
-_ﬁ VANJSKA JEDINICA o e STEZALJKAZICE
OUTDOOR
BLK : CRNO GRN : ZELENO RUZICASTO WHT : BIELO
BLU : PLAVO GRY : SNO PRP, PPL GRIMIZNO YW : ZUTO
BRN : SMEBE ORG : NARANCASTO CRVENO
AP TISKANAPLOCICA PS PREKIDNO NAPAJANJE
BS* TIPKALO UKLJUCENO/ISKLJUCENO, SKLOPKAZARAD PTC* PTC TERMISTOR
BZ HO ZUJALICA Q* BIPOLARNI TRANZISTOR S IZOLIRANOM
UPRAVLJACKOM ELEKTRODOM (IGBT)
c KONDENZATOR QDI PREKIDAC DOZEMNOG SPOJA
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIKLJUCAK, PRIKLJUCNICA QL ZASTITAOD PREOPTERECENJA
HR*, MR* A, MR*_B, S*,U,V,
W, XA
D%, V"D DIODA am TERMOSKLOPKA
DB* DIODNIMOST R* OTPORNIK
DS DIP SKLOPKA RT TERMISTOR
E'H GRIAC RC PRIJAMNIK
F*U, FU* (KARAKTERISTIKE OSIGURAC SC GRANICNA SKLOPKA
POTRAZITE NATISKANOJ PLOCICI
UNUTAR JEDINICE)
FG* PRIKLJUCNICA (OKVIR UZEMLJENJA) S PREKIDAC S PLOVKOM
H* OZICENJE S*™NPH SENZOR TLAKA (VISOKOG)
H*P,LED*, V'L PILOT SVJETLO, SVIJETLECADIODA S*NPL SENZOR TLAKA (NISKOG)
HAP SVIJETLECA DIODA (ZELENI ZASLON SERVISA) S*PH, HPS* PRESOSTAT (VISOKI TLAK)
VISOKINAPON VISOKINAPON S*PL PRESOSTAT (NISKI TLAK)
IES SENZOR INTELIGENTNO OKO ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNI MODUL NAPAJANJA S*W, SW+ SKLOPKAZARAD
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETSKI RELEJ SA* ODVODNIK PRENAPONA
L POD NAPONOM SR, WLU PRIJAMNIK SIGNALA
L ZAVOJINICA ss SKLOPKAZAODABIR
'R REAKTOR SHEET METAL NEPOMICNA PLOCA PRIKLJUCNE LETVICE
M= KORACNIMOTOR ™R TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORA TC,TRC ODASILJAC
MF MOTOR VENTILATORA VARV VARISTOR
MP MOTOR CRPKE ZA ODVOD KONDENZATA VR DIODNIMOST
MS MOTOR PREKLOPNOG KRILCA WRC BEZICNI DALJINSKI UPRAVLJAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETSKI RELEJ X* TERMINAL
N NEUTRALNIVODIC XM PRIKLJUCNALETVICA (BLOK)
n=* BROJ PROLAZAKA KROZ FERITNU JEZGRU Y'E ZAVOJINICA ELEKTRONICKOG EKSPANZISKOG
VENTILA
PAM MODULACIWAAMPLITUDE IMPULSA YR Y*S ZAVOJINICAPREKRETNOG
i ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
PCB* TISKANAPLOCICA z:c FERITNAJEZGRA
PM* MODUL NAPAJANJA ZFZF FILTAR SUMA
Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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