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= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvil

kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt évintézkedések mindegyike nagyon fontos

témakat fed le, ezért pontosan kdvesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikonyvben,

valamint a beszereléshez adott referencia Utmutatéban
szakember

Osszes tevékenységet CSAK az erre jogosult
végezheti el.

111 A figyelmeztetések és szimbolumok

jelentése

leirt

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

> B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

B>

Szélséségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall

az égeési sérllés veszélye.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbanas veszélye.

B

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sértilés veszélye.

B>

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

> B

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacié.

B @

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és

=

huzalozasi utmutatoé abrat.

Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a

Szerel6i referencia-utmutaté
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

Magyarazat

Jelolés
@ Karbantartas elvégzése és szervizelés elétt
olvassa el a szerelési kézikdnyvet.

Tovabbi informacidkat az "Referencia Utmutaté a
|- ] beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban

talal.

1.2 A szerelonek

1.21  Altalanos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy mikddtesse az
egységet, Iépjen kapcsolatba forgalmazojaval.

@ TAJEKOZTATAS

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegészitok helytelen csatlakoztatasa aramutést,
rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarolag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

A FIGYELEM

Gy6z6djon meg roéla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozé térvényi
eléirasok szerint torténik (a Daikin dokumentacioban leirt
utmutatasok betartasa mellett).

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viselien megfelel6 védobfelszerelést (védbkesztylit és -
szemlveget stb.).

A FIGYELEM

A mianyag csomagold tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenlil se jatszhassanak
veliik. Lehetséges kockazat: fulladas.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= Mlkodés kozben vagy kozvetlenul utana NE érintse
meg a hité- és vizcsdveket vagy a belsé alkatrészeket.
Azok hémérséklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfelel6
hémérsékletliek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen véddékesztyiit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargo hiitéfolyadékot.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények mikodészavarokat, flistolést vagy
tlzet is okozhatnak.

A VIGYAZAT

NE érjen a levegé bemeneti nyilasahoz és a készilék
aluminium ventilatorszarnyaihoz.

TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, fellilni vagy
felallni.

TAJEKOZTATAS

A Kkultéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz
idéjarasi korilmények kozott végezni, hogy ne jusson viz
az egységbe.

A vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen sziikséges lehet
jegyz6konyvet biztositani a termékhez, amely legalabb a kévetkezd
informacidkat tartalmazza: karbantartasi informacio, javitasi munkak,
tesztek eredményei, készenléti idészakok stb.

Emellett legalabb a kovetkezd informacidt is biztositani KELL a
termék egy hozzaférhetd részén:

« Utmutatas a rendszer kikapcsolasahoz vészhelyzet esetén
= Atlizoltosag, renddrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6kdnyvre vonatkozd
Utmutatasokat.

1.2.2 Felszerelés helye

= Az egység korlul legyen elegend6 tér a szereléshez és
szell6zéshez.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az
egység sulyat és rezgését.

= Valasszon megfeleléen szell6zd terlletet. NE fedje le a
szell6zényilasokat.

= Gy6zb8djon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:
= Robbanasveszélyes kérnyezetben.

= Elektromagneses hullamokat kibocsaté gépek kozelében. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a
berendezés hibajat okozva.

= Tlzveszélyes kornyezetben, ahol fennall a gyulékony anyagok
(példaul higitd vagy lUzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve
ahol szénszalak vagy gyulékony por talalhato.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz)
termel6dik. A rézcsoévek és a forrasztasok korrézidja a hlitékozeg
szivargasat okozhatja.

= Flrd&szobakban.
Utmutatasok R32 hiitékdzeget hasznalé
berendezéshez

Ha alkalmazhaté.

FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
berendezés tisztitashoz KIZAROLAG a gyarto Altal
javasolt eszk6zoket hasznalja.

= Az R32 hiit6kézeg nem tartalmaz szaganyagokat.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodé
gazkésziilék vagy elektromos fitbberendezés).

@ TAJEKOZTATAS

= NE hasznalja ujra a mar hasznalt idomokat.

= A h(tékdzeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara
hasznalt idomokat ugy kell felszerelni, hogy
karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin szobai klimaberendezés
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

A FIGYELEM A (M?)
Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a 550540
karbantartas és a javitas a Daikin utasitasai szerint legyen S0 /
elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi eléirasoknak (pl. a 510500
gazkésziilékek  hasznalatara  vonatkozd  orszagos 490480
eléirasoknak), illetve arra, hogy a munkat erre jogosul 470 /
személy végezze el. 150 /
440
Beszerelési tér el6irasai - N /
410 g
@ TAJEKOZTATAS o S i
330 S
= A csOvezetékeket védeni kell a mechanikai 370360 J;’
karosodastol. 350 2
30 S
+ A lehetd legkevesebb csévezetéket hasznalja. R ¢
30
300
A FIGYELEM 20
280
Ha az alkalmazas soran R32 hiit6kozeget hasznalnak, m
akkor annak a helyiségnek az alapteriilete, ahova a 250240
készilékeket beszerelik, Uzemeltetik és taroljak, 20
MINDENKEPP nagyobb legyen, mint az alabbi tablazatban 2102
meghatarozott minimalis alaptertlet A (m?). Ez vonatkozik 190200
a kovetkezdkre: 170180
= Olyan beltéri egységek, melyekben nincs hiitékozeg- 150160
szivargast észlelé szenzor, olyan beltéri egységek 130140
esetében, melyekben van hiitékézeg-szivargast észlelé 110120
szenzor, olvassa el a szerelési Utmutatot 100
%
= Beltérben felszerelt vagy tarolt kiltéri egységek (pl.: 70 80 ;
télikert, garazs, gépterem) % 60 | our\ed ol
. . o W
= Csovezetékek nem szell6z6 helyeken o L o]
2 |- _—————Conpmonedt
A minimalis alapteriilet meghatarozasa 0 "
11 14(18)22026] 3 |34[38]42(46|5 |54(58(62[66|7 |74]78
1 Hatdrozza meg a rendszerbe tOltott Osszes hitékdzeg 1216 24 28 32 36 4 44 48 52 64 68 72 76 7956
mennyiségét (= gyari hitékézeg-mennyiség @ + @ utantoltott m (kg)
hiit6kbzeg mennyisége). Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
Contains fluorinated greenhouse gases unit® unit® unit©
(R32 | 0 ke m (kg)—A . (m?)  m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A_  (m?)
GWP: xxx <1.224 —— <1.224 —— <1.224 ——
9=:kg 1.225——0.956 1.225——1.43 1.225——12.9
[2] —_— 14—1.25 1.4—1.87 1.4—16.8
ﬁ 1) 0+0= kg 1.6—1.63 1.6——2.44 1.6——22.0
GWP x kg 1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
14 [ | =5 tCO,eq 2.0—2.55 2.0—3.81 20— 343
22—3.09 22—4.61 22—415
2 Valassza ki, melyik abrat vagy tablazatot kivanja hasznalni. 24—3.68 24—549 24—494
26—4.31 26—6.44 2.6——58.0
= Beltéri egységekhez: Az egység mennyezetre erfsitett, falra 28— 5.00 28 747 28 673
szerelt vagy padldra allitott készilék? 3.0—574 3.0—858 3.0—77.2
= Beltérbe szerelt vagy tarolt kultéri egységek, valamint nem 3.2—6.54 3.2—976 32—879
szell6z6 helyekre szerelt csévezetékek esetében ez a 3.4—7.38 34—110 34—99.2
beszerelési magassagtol fiigg: 3.6 —8.27 3.6—12.4 3.6 —111
3.8——9.22 3.8——13.8 3.8——124
Ha a beszerelési Akkor a kovetkezo6 abrat vagy j'g T 1?2 2'2712'2 227123
magassag... tablazatot hasznalja... 44— 124 44— 185 44— 166
<1,8 m Padlora allitott egységek 46—13.5 46—20.2 46—182
. 48 —14.7 48——22.0 4.8——198
<X<
1,8sx<2,2 m Falra szerelt egységek 50— 16.0 50238 50— 215
222m Mennyezetre erfsitett egységek 52—17.3 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4——250
3 Az abra vagy a tablazat segitségével hatarozza meg a 5.6—20.0 5.6—29.9 5.6——269
minimalis alapteruletet. 58—21.5 58—32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2—331 7.2——49.4 7.2——445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m A rendszerbe toltott hiitékozeg teljes mennyisége
Szerel6i referencia-ttmutaté DAIKIN (A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

1.2.3

A.» A minimalis alapterilet
(a) Ceiling-mounted unit (= Mennyezetre erdsitett egység)
(b) Wall-mounted unit (= Falra szerelt egység)
(c) Floor-standing unit (= Padléra allitott egység)

Hiitékozeg

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikdnyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat.

o

TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy a hitékdzeget szallitd csdvek
felszerelése a torvényi eléirasoknak megfeleléen tortént-e.
Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

= Ha ujratoltésre van szukség, az egység adattablajan talal tovabbi
informaciot. Ezen lathatd a hltékoézeg tipusa és a szikséges
mennyiség.

= Az egység gyarilag fel van toltve hiitékdzeggel. A cséméretektdl
és -hosszaktol figgéen egyes rendszerek tovabbi hltékozeg-
feltoltést igényelhetnek.

= Csak a kifejezetten a rendszerben hasznalatos hit6kézeghez
megfeleld eszkdzok hasznalataval biztositsa a nyomasellenallast,
és akadalyozza meg az idegen anyagok bejutasat a rendszerbe.

= A hitékdzeg-folyadék feltdltése:

Ha Ezutan

1]

TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csévek és a
csatlakozasok NINCSENEK nyomasnak kitéve.

A

FIGYELEM

A tesztelés soran SOHA ne helyezze a terméket a
maximalis engedélyezett nyomasnal (amely az egység
adattablajan lathatd) nagyobb nyomas ala.

Egy szifoncsd van jelen

(példaul: a hengeren a “folyadék
feltoltéséhez sziikséges szifonnal
ellatva” felirat olvashato)

Toltéskor forditsa felfelé a

hengert.

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha hit6kozeggaz-szivargast észlel,

azonnal szellbztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:
= A til magas hitékozeg-koncentracio zart térben

oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hitékdzeggaz tlzzel érintkezik, mérgezé gaz
termelédhet.

Egy szifoncsd NINCS jelen

Toltéskor forditsa lefelé a

hengert.

= Lassan nyissa ki a hit6kdzeghengereket.

= A hitékozeget folyadék allapotban toltse fel. Ha gaz allapotban
adja hozza, az megakadalyozhatja a megfelel6 mikddést.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a hiitékozeg szivarog a
h(tékorbol:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas
funkcidjat, amellyel rendszerb6l minden hiitékézeget a
kultéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A miikédd kompresszorba bejutd levegé ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gizemelni.

A

VIGYAZAT

Ha a hitékdzeg-feltdltési eljarassal készen van, vagy azt
megszakitja, akkor azonnal el kell zarni a hitékdzegtartaly
szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hitékdzeg-utantoltést eredményezhet.
Lehetséges kovetkezmény: Hibas hiiték6zeg-mennyiség.

1.2.4

Sés viz

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikdnyvét vagy szerelbi referencia-utmutatojat.

FIGYELEM

A hitéfolyadékot MINDIG gyijtse 6ssze. NE engedje, hogy
az a kornyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyuzza
ki a felszerelést.

A

FIGYELEM

A sos viz kivalasztasanak Osszhangban KELL lennie a
vonatkozé jogszabalyokkal.

A

FIGYELEM

A sOs viz szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha soésvizszivargast észlel, azonnal
szellbztesse ki a terlletet, és értesitse a helyi
markaképviseletet.

TAJEKOZTATAS
Miutan minden csovet csatlakoztatott, ellendrizze, hogy
nincs-e  gazszivargas. Nitrogénnel hajtson  végre
gazszivargas-ellendrzést.

TAJEKOZTATAS
= A kompresszor meghibasodasanak elkerllése

érdekében NE toltsdn be tobb hitékozeget megadott
mennyiségnél.

= Ha a hi{tékozegrendszert meg kell
hit6kdozeg kezelését a vonatkozo
megfeleléen KELL végezni.

bontani, a
el6irasoknak

A

FIGYELEM

A kornyezeti hdmérséklet az egység belsejében sokkal
magasabb lehet, mint a szoba h&mérséklete (példaul
70°C). Sés viz szivargasa esetén az egység belsejében
talalhato forré alkatrészek veszélyes helyzetet idézhetnek
eld.

A

FIGYELEM

Ellenérizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. A
hiitékdzeg feltdltése csak a szivargasteszt és a
vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa utan végezheto el.

A

FIGYELEM

Az egység telepitésének és hasznalatdnak meg KELL
felelnie a vonatkozod jogszabalyokban foglalt biztonsagi és
kérnyezetvédelmi eléirasoknak.
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2 A dokumentum bemutatasa

1.2.5

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa

Viz

szerelési kézikdnyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat.

TAJEKOZTATAS

Kizarélag a 98/83 EK EU-iranyelvnek megfelel6 minésegl
vizet hasznaljon.

Elektromos

1.2.6

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Kapcsoljon Kl minden aramforrast, mielétt eltavolitana

a kapcsolodoboz fedelét, elektromos kabeleket
csatlakoztatna, vagy megérintené az elekiromos
alkatrészeket.

= Sziintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 1 percet,
majd a szervizelés megkezdése elétt mérie meg a
feszlltséget a féaramkér kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor
érintse meg az elektromos alkatrészeket, ha a
feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A
kivezetések pontos helyét a huzalozasi rajz
segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel
alkatrészeket.

NE érintse meg az elektromos

= A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felligyelet
nélkil az egységet.

A

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett
vezetékekbe be KELL épiteni egy fékapcsolot, vagy mas
olyan megszakitét, amellyel minden pdlus csatlakozasa
bonthaté, amennyiben lll-as kategoériaju tulfesziiltség Iépne
fel.

A

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek
bekotése a torvényi eléirasoknak megfeleléen tortént-e.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez
mellékelt huzalozasi rajz szerint KELL végrehaijtani.

= NE gyomoszoljon dsszetekert kabeleket az egységbe,
és ugyelien arra, hogy a kabelek NE érjenek a
csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kulsé nyomas.

= Gondoskodjon megfelelé foldelésrdl. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsOvekhez, tulfesziltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A helytelen
foldelés aramutést eredményezhet.

= Csak kulon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy
masik készilékkel kozos aramellatasrél lizemeltetni.

= Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a
sziikséges biztositékok és megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot.
Ennek elmulasztéasa aramutéshez vagy tlzhoz
vezethet.

= A foldzarlat-megszakité beszerelésekor -ellenérizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenall-e a
nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakitd feleslegesen
kioldhat.

®

TAJEKOZTATAS

Ovintézkedések a tapkabelek fektetéséhez:
VN
( J (] won @

O X X

= NE csatlakoztasson kilénbdz8 vastagsagu vezetékeket
a tapfesziltség csatlakozdblokkjara (a tapkabel
lazasaga abnormalis hémérsékletet eredményezhet).

= Az azonos vastagsagu vezetékeket a fenti abran
lathatdé médon csatlakoztassa.

= A huzalozashoz hasznalja a kijeldlt tapkabelt, és
biztonsagosan csatlakoztassa, majd régzitse, hogy ne
érhesse kulsé nyomas a csatlakozétablat.

= A csatlakozécsavarok meghuzasahoz hasznaljon
megfeleld csavarhuzot. A kis feji csavarhuzok kart
tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfelelé
meghuzast.

= A csatlakozécsavarok tul szoros meghuzasa eltérheti
Oket.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy
az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellenérizze, hogy alaposan
lezarta-e a fedeleket.

0

TAJEKOZTATAS

Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas
haromfazisi, és a kompresszor BE/KI kapcsoldval
indithato.

Ha fennall az ellenfazis lehetésége egy pillanatnyi
aramszlinet utan, és a termék mikodése kozben

megsziinik, majd helyreall a tapellatas, csatlakoztasson
helyben egy ellenfazisvédé aramkort. A termék
ellenfazisban valé mikodtetése a kompresszor és mas
alkatrészek meghibasodasahoz vezethet.

21

A dokumentum bemutatasa

A dokumentum bemutatasa

INFORMACIO

Gy6z6djon meg réla, hogy a felhasznalé rendelkezik a
nyomtatott dokumentacioval, és kérje meg, hogy 6rizze
meg azokat a kés6bbi hasznalathoz.

Célko6zonség

Képesitett szerel6k

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, konnylipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet

része. A teljes

dokumentaciokészlet a kovetkezokbdl all:

Szerel6i referencia-utmutaté
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3 A doboz bemutatasa

= Altalanos biztonsagi el6irasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket Gzembe helyezés elétt el KELL
olvasni

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

= Szerel6i referencia-utmutato:

« Uzembe helyezés el6késziiletei, bevalt gyakorlatok,
referenciaadatok...
= Formatum: Digitalis  formaban is  elérhetd: http://

www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verziéjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatol szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

Miszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet6) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat
az Daikin extraneten (jelsz6 szukséges) szerezheti be.

2.2 A szerelOi referencia-utmutato

attekintése
Fejezet Leiras
Altalanos biztonsagi Biztonsagi utasitasok, melyeket tzembe

eléirasok helyezés elétt el KELL olvasni

A dokumentum
bemutatasa

Milyen dokumentécio all rendelkezésre
a beszereléshez

A doboz bemutatasa Az egység kicsomagolasa és a

tartozékok eltavolitasa

Az egység bemutatasa = Az egységek azonositasa

= Mikodési tartomany

El6készités Milyen teend6ket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a helyszinre érkezés el6tt
Felszerelés Milyen teend&ket kell elvégezni, illetve

mit kell tudni a rendszer beszerelése
elétt

Belizemelés Milyen teend6ket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a rendszer probatizemérél

a konfiguralast kdvetéen

Atadas a felhasznalénak |Mit kell 4tadni és elmagyarazni a
felhasznalénak

Hulladékba helyezés A rendszer kiselejtezése

Mdiszaki adatok A rendszer miiszaki adatai

Szészedet A hasznalt kifejezések meghatarozasa

3 A doboz bemutatasa

3.1 Attekintés: A doboz bemutatasa

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie a beltéri egységet tartalmazo
doboz helyszinre szallitasat kdvetéen.

Az alabbi teend6krél kap tajékoztatast:
= Az egységek kicsomagolasa és kezelése

= Tartozékok leszerelése az egységekrdl

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

« Atvételkor a késziiléket KOTELEZO ellendrizni, hogy nem sériilt-
e. Barmilyen sériilést KOTELEZO azonnal jelezni a
szallitmanyozo reklamacios ugyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megelézze a szallitas soran
okozott sériiléseket.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az alabbiakra:

m Toérékeny, az egységet 6vatosan kell kezelni.

Az egység maradjon allé helyzetben, hogy ne sériljon
— meg.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon kerll az egység a
felszerelési helyére.

3.2 Beltéri egység

INFORMACIO

A koOvetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

3.21 A beltéri egység kicsomagolasa

3.2.2 Tartozékok eltavolitasa a beltéri
egységbdl

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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4 Az egységek bemutatasa
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a Szerelési kézikdnyv

b Uzemeltetési kézikdnyv

¢ Altalanos biztonsagi el6irasok

d Titan-apatit szagtalanito sz(iré (csak az FTXP20~35L és az

ATXP20~35L esetén)
e Beltéri egységet rogzitd csavar (M4x12L). Lasd 12. oldal
"6.2.4 A beltéri egység felszerelése".

f Vegye ki az AAA.LRO3 (alkali) szarazelemeket a

kezel&felliletbd!

g Kezeldfelllet tartdja

h Kezeléfelulet
i ROgzitélap

4 Az egységek bemutatasa

4.1 A rendszer elrendezése

@ TAJEKOZTATAS

A rendszer Osszeallitasat —15°C alatti hémérsékleten tilos
elvégezni.

3} T — ——— J-{‘-Hj
e O ) C ,,;‘1
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Beltéri egység

Szervizfedél

Leveg6sziird

Titan-apatit szagtalanit6 sziir6 (csak az ATXP-L és az
FTXP-L esetén)

Ht6kozegesodvek, kondenzviztdomld és dsszekdtd kabel
Szigetel6 szalag

0T

- ®

4.2 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Uzemméd Miikodési tartomany

Hites@® = Kultéri hémérséklet: —10~46°C
= Beltéri hdmérséklet: 18~32°C

= Beltéri paratartalom: <80%

Fltés® = Kultéri h6mérséklet: —15~24°C

= Beltéri hémérséklet: 10~30°C

Uzemmoéd Miikédési tartomany
Szaritas® = Kultéri hémérséklet: —10~46°C

= Beltéri hémérséklet: 18~32°C

= Beltéri paratartalom: <80%

Ha a miikédési tartomanyon kivil Gzemel:
(a) Egy biztonsagi eszkdz ledllithatja a rendszer mikodését.
(b)

b) Paralecsapddas és csepegés Iéphet fel a beltéri
egységnél.
5 Elokésziletek

5.1  Attekintés: El6késziiletek

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teenddket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a helyszinre érkezés el6tt.

Az alabbi teend6krél kap tajékoztatast:

= A berendezés helyének el6készitése

= A hitékdzegesovek elbkészitése

= Avillamos vezetékek elékészitése

5.2 A berendezés helyének
el6készitése

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul
munkakérnyezetben elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul
6rlémalmokban), ahol nagy mennyiségben keletkezik por, a
berendezést KOTELEZO lefedni.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendé hely all
rendelkezésre az egység mozgatasahoz.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allando gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikédo
gazkészulék vagy elektromos flit6berendezés).

5.21 A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozoé kévetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimii
fejezetben talalhaté biztonsagi el6irasokat és
kdvetelményeket is.

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Légaramlas. Ugyeljen ra, hogy a levegéraamlas utjat semmi ne
zarja el.

= Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet
megfeleléen el lehet vezetni.

= Falszigetelés. Amennyiben a falnal tullépik a 30°C hémérsékletet
és a 80% relativ paratartalmat, vagy ha friss levegé kerll a falba,
a készulék tovabbi szigetelésére van szikség (minimum 10 mm
vastag polietilén hab).

= Falszilardsag. Ellenérizze, hogy a fal vagy a padlé elég erés-e
ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat. Amennyiben kockazatosnak
talalja, az egység felhelyezése el6tt er6sitse meg a falat vagy a
padlét.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek
legalabb 1 méter tavolsagra a televizio- vagy radiokészuilékektdl. A
radiojel hullamhosszatol fuggéen elképzelhetd, hogy 3 méter
tavolsag SEM elégséges.

Szerel6i referencia-utmutaté
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5 Elokésziletek

= Ugy helyezze el az egységet, hogy a kiaramlé meleg/hideg levegd
vagy a miikddés zaja senkit NE zavarjon.

= Fénycsovek. Ha vezeték nélkili kezel6fellletet szerel be
fénycsdvekkel megvilagitott helyiségbe, a zavaras elkerilése
érdekében tartsa szem elétt az alabbiakat:

= A vezeték nélkili kezel6felliletet a lehet6 legkdzelebb helyezze
el a beltéri egységhez.

= Szerelje a beltéri egységet a fénycsovektél a lehetd
legtavolabb.

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy géz lehet a levegbben. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az alabbi helyeken felszerelni, mert az az
egyseég élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmivekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy géz lehet a levegbben. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

= Olyan helyen, ahol az egység nincs kitéve kozvetlen
napsugarzasnak.
= Flrd6szobakban.

= Zavard lehet a miikddés hangja (példaul halészoba kozelében).

A FIGYELEM

NE helyezzen olyan targyakat a beltéri és/vagy kultéri
egység ala, amelyek vizesek lehetnek. Ebben az esetben a
egységen lecsapddott folyadék, a hitécsévek, a légszird
vagy az elvezet6 lezaréja csopoghet. Igy a késziilék ala
helyezett targy meghibasodhat vagy piszkos lehet.

= Térkoz. Az egységet legalabb 1,8 méterre szerelje a padlészint
folé, és tartsa szem elétt a falak és a mennyezet elirt tavolsagara
vonatkoz¢ alabbi el6irasokat:

o
@
Al

(mm)

5.3 A hiitékozegcsovek elokészitése

5.3.1 Hiitokozegcsovekre vonatkozo eldirasok

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi dvintézkedések” cimdi
fejezetben talalhato biztonsagi el6irasokat és
kévetelményeket is.

Hiiték6zegcsovek atmérdje

Ugyanazt az atmér6ét hasznalja, mint a kultéri egységek
csatlakozasaihoz:

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a kultéri egységek
csatlakozasaihoz:

Osztaly L1 folyadékcs6 L1 gazcso6
15~35 26,4 @9,5
42+50 26,4 12,7

Hiitokozegcsovek anyaga

= Cslszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcso.

= Hollandianyas kotések: Kizardlag lagyitott anyagot hasznaljon.

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Osztaly L1 folyadékcs6 L1 gazcsé
20~35 26,4 29,5
50+60 76,4 12,7

71 76,4 15,9

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
9,5 mm (3/8")
(a) A vonatkozo jogszabalyoktol és az egység maximalis

(@) @
6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,8 mm 2
EE 221‘
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")
Gzemi nyomasatol fliggéen (lasd "PS High" az egység
adattablajan) nagyobb falvastagsagra lehet sziikség.

5.3.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) kozétt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cs6 kiils6 atmérdje | Szigetelés belsé Szigetelési
(9,) atmérdje (9)) vastagsag (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés feluletén.

54 Az elektromos huzalozas
elokészitése

5.41 Informacidk az elektromos huzalozas
elékészitésérol

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimi
fejezetben talalhato biztonsagi el6irasokat és
kévetelményeket is.
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6 Felszerelés

A FIGYELEM

Ha a tapellatasban hianyzé vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
mikodni.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsovekhez, tulfesziiltség-
levezetéhtéz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelie be a biztositékokat  és

megszakitokat.

sziikséges

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles fellletekkel
vagy a csovekkel, kildnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznédljon mianyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az

egységben inverter talalhaté. A fazissiettetd
kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

A FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozo6 jogszabalyoknak.

FIGYELEM

MINDIG tébb eres kabelt haszndlion a tapellatas
kabeleihez.

6 Felszerelés

6.1 Attekintés: Felszerelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendéket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni az egység helyszini betizemelésekor.

Jellemz6 munkafolyamat

A beszerelés jellemzben a kdvetkezd 1épésekbdl all:
1 AKkultéri egység felszerelése.

A beltéri egység felszerelése.

A hltékoézegcsdvek csatlakoztatasa.

A hltékbézegcesdvek ellendrzése.

Hltékozeg feltdltése.

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa.

A kultéri egység felszerelésének befejezése.

A beltéri egység felszerelésének befejezése.

© N o g b~ ODN

INFORMACIO

A kultéri egység beszereléséhez (a kultéri egység
felszerelése, hlt6kozegcsd csatlakoztatasa a  kiltéri
egységhez, hiit6kdzeg feltdltése, elektromos hozalozas
bekotése a kiltéri egységre...) lasd a kultéri egység
szerelési Utmutatojat.

INFORMACIO

Ez a fejezet csak a beltéri egység felszerelésével
kapcsolatos informaciokat tartalmazza. Tovabbi
Utmutatasért lasd:

= A kultéri egység szerelési kézikonyvét
= A kezel6felulet szerelési kézikonyvét

= Tekintse meg az opciondlis tartozék szerelési
kézikonyvet

6.2 A beltéri egység felszerelése

6.2.1  Ovintézkedések a beltéri egység
felszerelésekor

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

6.2.2 A beltéri egység felnyitasa

Az eliilsé panel eltavolitasa

1 Az elulsé panelt fogja meg a mindkét oldalon talalhato fuleknél,
és nyissa fel.

a A egység azonositasa

2 Tavolitsa el az elllsé panelt jobbra vagy balra csusztatva, és
kdézben huzza maga felé.

Eredmény: Az 1. oldalon az ellilsé panel forgdcsapja kiold.

3 Akassza ki ugyanigy a masik oldalon is az elllsé panel
forgdcsapjat.

——

a Ellls6 panel forgécsap

Az eliilsé panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az
elllsé panel csapjait, és tolja be 6ket a helyikre.

2 Az elllsd panelt mindkét szélén és a kdzepén lenyomva, lassan
zarja le.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

Az eliils6 racs eltavolitasa

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viselien megfelel6 védodfelszerelést (védbkesztylit és -
szemuveget stb.).

1 Vegye le az ellilsé panelt a leveg6szir6 eltavolitasahoz.

2 Tavolitsa el a 2 csavart (20~35 osztaly) vagy a 3 csavart
(50~71) az eliilsé racsrol.

3 Nyomija le 3 korrel jelolt 3 felsé horgot.

a Felsd horog
b 3 kor szimbdélum

4 Javasoljuk, hogy az eliils6 racs eltavolitasa el6tt nyissa fel a
szarnyat.

5 Helyezze mindkét kezét az ellls6 racs kbdzepére, nyomja
felfelé, majd maga felé.

Az eliilsd racs visszahelyezése

1 Helyezze be az ellilsé racsot, és rogzitse stabilan a 3 fels6
horoggal.

2 Helyette vissza a 2 csavart (20~35 osztaly) vagy a 3 csavart
(50~71) az ellils6 racsra.

3 Helyezze be a leveg6sziirét és rogzitse a burkolatot.

Az elektromos doboz fedelének eltavolitasa
1 Vegye le az eliils6 racsot.
2 Tavolitson el 1 csavart az elektromos doboz fedelérél.

3 Nyissa ki az elektromos doboz fedelét a fedél fels6 részén
talalhaté kiemelked6 részt meghtzva.

4 Akassza ki az alsé filet és vegye le az elektromos doboz
fedelét.

a Ful
b Kiemelked6 rész a fedél felsé részén
¢ Csavar

5 A fedél visszahelyezéséhez el6sz0r akassza be az also fllet az
elektromos dobozra, majd csusztassa a fedelet a 2 felsé fiilre.

A szervizfedél felnyitasa

1 Tavolitson el 1 csavart a szervizfedélrdl.

2 Huzza ki a szervizfedelet vizszintesen az egységbdl.

a Szervizfedél csavar
b Szervizfedél

6.2.3

1 Ideiglenesen szerelje fel a rogzitélapot.

A rogzitélap felszerelése

Allitsa vizszintbe a rogzit6lapot.

A beszerelés utolso Iépéseként erdsitse a rogzitélapot a falra
csavarokkal.

4 Hasznaljon mérdszalagot. A mérdszalag végét helyezze a ">"
jelzésre.

INFORMACIO

Az eltavolitott csécsatlakozas-fedelet bele lehet tenni a
rogzitélapon kiképzett zsebbe.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin szobai klimaberendezés
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6 Felszerelés

A

117 B o

285

44.5

44.5

(mm)

295

(mm)

20~35 osztaly

50~71 osztaly

Régzitélap javasolt rogzitési pontjai

A csécsatlakozé fedelének kialakitott fészek
Vizszintméro elhelyezésére kilakitott fiilek
Falon atmend lyuk @65 mm
Kondenzviztdomlé helye

A mérészalag helyét mutatd ">" jelzés
Gazcs6 vége

Folyadékcsé vége

SQ w00 T WP

6.2.4 A beltéri egység felszerelése

A VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazoé falak esetében a

TAJEKOZTATAS
= NE hajlitsa meg a h(it6kdzegcsoveket.

= NE nyomja a hiit6kdzegcsoveket az also kerethez vagy
az ellils6 racshoz.

csOvet Ugy vezesse at a falon, és a lyuktakarot ugy tegye
fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tlzet.

TAJEKOZTATAS

Ne feledje el a csdvek kornyékét tomitéssel (nem tartozék)
szigetelni, hogy megel6zze a vizszivargast.

1 Furjon egy 65 mm-es lyukat a falba ugy, hogy a kulsé oldal felé
lejtsen.

2 Helyezze be a fali csévet a lyukba.
3 Helyezzen egy lyuktakarot a fali csére.
ab

Sl

b a (mm)

4 Ha a hitdékdzeg- és kondenzvizcsOvek szerelésével, illetve a
huzalozassal végzett a rést zarja le kittel.

5 Dekopir flirésszel vagja ki bellilrél az eliilsé racs cséfedelét.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

I

6 Félkor keresztmetszetl tlreszel6vel tavolitson el minden sorjat
a vagas szélérdl.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon csip6fogét a hiitékozegcsovek fedelének
eltavolitasahoz, mivel ez roncsolhatja az elilsé racsot.

7 Vegye le a lefolyoszelepet, és csatlakoztassa a

kondenzviztémlét a csatlakozohoz.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon sikosité olajat (h(t6gépolajat) a
lefolyészelepen annak behelyezésekor. A lefolyoszelep
megsérilhet, ami szivargast okoz.

0 =)

a 4 mm-es imbuszkulcs

8 Igazitsa el a h(t6kdzegcsoveket a rogzitblapon lathatd
jeloléshez.

N~ 777 7%
(777 L L
T e

b —RIG7

Leereszt6tomld

Szigetelje a lyukat kittel vagy témitéanyaggal.
Vinil ragasztészalag

Szigetel6 szalag

Rogzitélap (tartozék)

Qo 0T O

9 Vezesse at a kondenzviztomlét és a hiitékdzegcsoveket a falon
fart lyukon.

10 Akassza fel a beltéri egységet a rogzitélapon talalhatod
kampokra. A "A" jelolést hasznalja az igazitashoz.

11 Huzza be az 6sszekotékabelt.
12 Csatlakoztassa a hltékozegcsoveket.

13 Tekerje be a hiit6kozegcsoveket, az Osszekotbkabelt és a
kondenzviztomlét egyltt szigetel6 szalaggal. A szalagot
legalabb fél szélességnyi atfedéssel kell tekerni.

a

T O

/
)

<. Eld
Leereszt6tomld
Osszekotdkabel
Régzitélap (tartozék)
HUt6kozeg csévezetékei
Beltéri egységet rogzité M4x12L csavar (tartozék)
Alsé keret

w0 Q20T /\

14 Ugyelien ra, hogy az dsszekétdkabelt NE csipje be a beltéri
egység.

15 Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsé peremét, amig
stabilan nem roégzil a roégzitélap horgain.

16 RoOgzitse a beltéri egységet a tartdlemezhez a beltéri egységet
rogzité 2 db. M4x12L csavarral (tartozék).

Falon atmené csovek

17 Helyezze be a kondenzviztémlét az alabbi abran lathato
maédon, hogy ne jéhessen ki a kondenzvizcs6bdl.

I

250

_|.| mm

A csovek bekotése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy
jobbra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekdtve. Bal
oldali cs6bekodtéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Rogzitse a kondenzviztémlét vinil ragasztészalaggal a
hiitékdzegcsovek aljahoz.

2 Tekerje be a hiit6kozegcstveket és a kondenzviztdémlIbt egytt
szigetel6 szalaggal.

Cc

ab B

Jobb oldali cs6csatlakozas

Jobb-alsé csécsatlakozas

Jobb-hatsé csécsatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb oldali
cs6csatlakozashoz.

b Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb-als6 csécsatlakozashoz.

o OW>

3 Vezesse at a kondenzviztdml6t és a hitékézegcsdveket a falon
fart lyukon.

4 Akassza fel a beltéri egységet a rogzitlapon talalhatod
kampokra. A "A" jelolést hasznalja az igazitashoz.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin szobai klimaberendezés
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6 Felszerelés

a Régzitélap (tartozék)
b  Osszekotokabel
c Kabelvezetd
5 Nyissa fel az eluls6 panelt, majd a szervizfedelet. Lasd 10. oldal
"6.2.2 A beltéri egység felnyitasa".

6 Vezesse at az OsszekotSkabelt a kiltéri egységtél a falon
atmend lyukon at, a beltéri egység hatoldalan és az elilsé
oldalon keresztil. (Ha az 6sszekdtékabel szigetelése mar le
van hantva, akkor szigetelészalaggal Ossze kell fogni a
végeket.)

7 Hajlitsa fel a kabel végét.

8 Két kézzel nyomja meg az egység alsé peremét, gy allitsa be a
régzitélap alsé horgain. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték
sehol NINCS 6sszenyomva.

A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul vagy
balra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekdtve. Bal
oldali cs6bekotéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Tavolitsa el a szigetelést rogzité6 csavart a jobb oldalon, és
tavolitsa el a kondenzviztomlét.

2 Vegye le a kondenzvizlefoly6t a bal oldalrol, és tegye at jobb
oldalra.

3 Helyezze be a kondenzviztomlét, és ne felejtse el meghlzni a
rogzitd csavart, mert ellenkezd esetben vizszivargas

kovetkezhet be.

a A szigetelés rogzitécsavarja
b Leereszt6tdmld

4 Rogzitse a kondenzviztomlét a hitékézegesdvek aljahoz vinil
ragasztoszalaggal.

Bal oldali cs6csatlakozas

Bal-hatso csécsatlakozas

Bal-alsé cs6csatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal oldali csécsatlakozashoz.
Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal-alsé csécsatlakozashoz.

oo OW>

6.2.5 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni. Ebbe beletartozik:

« Altalanos iranyelvek
= A kondenzvizcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

= Vizszivargas ellenérzése

Altalanos iranyelvek

= Csobhossz. A kondenzvizcsovek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csoméret. A cs6 mérete legalabb akkora legyen, mint a
csatlakoz6 cs6é mérete (16 mm névleges atmérgji és 18 mm kiils6é
atmérdji vinilcs6 esetén).

o ©

Q R

@ TAJEKOZTATAS

= A kondenzviztdmlének lejtenie kell.
= Olajcsapda hasznalata NEM engedélyezett.

= NE tegye a kondenzviztdml6 végét viz ala.

= Kondenzviztémlé hosszabbitasa. A kondenzviztomlé
meghosszabbitasat kulon megvasarolhaté @16 mm-es tomldvel
végezze el. NE felejtse el, hogy a kondenzviztdmlé beltéri részén
hészigetelt tomlét kell hasznaini.

§
:I:I:J{ U IIIII

a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztoml6
b Hészigetel6 tok (nem tartozék)
¢ Kondenzviztémlé-hosszabbitas

a Cc

= Merev PVC cs6. Ha egy merev PVC csovet csatlakoztat
(@13 mm) kozvetlenil a beltéri egységhez csatlakoztatott
kondenzviztémlére, hasznaljon kalén megvasarolhaté
kondenzvizgy(jtét (J13 mm).
a ® b c
2 | |
T - - O
a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztomld
b @13 mm kondenzvizgyijté (nem tartozék)
¢ Merev PVC cs6 (nem tartozék)
= Paralecsapddas. Tegyen ovintézkedéseket a paralecsapddas
megel6zése érdekében. A telijes elvezetd csovet szigetelje az
épuletben.

A vizszivargas ellenérzése

1 Tavolitsa el a leveg8szirdket.

2 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a csepptalcaba, és ellenérizze
a vizszivargast.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

6.2.6 Kiilon megvasarolhaté tartozékok
csatlakoztatasa (vezetékes taviranyito,

kozponti kezel6feliilet, vezeték nélkiili
adapter, stb.) 5 Lefelé nyomva rogzitse az adaptert a tartdban.
, .

Helyezze a vezeték nélkuli adaptert a tartéba.

Az eltavolitashoz ujjal hatjtsa le a tarto egyik bilincsét a vezeték
nélkuli adapter kioldasahoz, majd vegye ki az adaptert a
tartébadl.

1 Téavolitsa el az elektromos doboz fedelét (lasd 11. oldal "Az
elektromos doboz fedelének eltavolitasa").

2 Rogzitse a csatlakozokabelt az S21 csatlakozohoz, és hlzza
be a vezetékkoteget az alabbi abran lathatdé modon.

6.2.8 Eltéré cimek beallitasa

Ha 2 beltéri egység van 1 helyiségben, a 2 felhasznaldi
kezel6fellletet eltérd cimre lehet allitani.

1 Vegye ki az elemeket a kezel6feluletbdl.

) 2 Kapcsolja le a cim jumpert.
a S21 vezetékkoteg elvezetése vezeték nélkili adapterhez

b S21 vezetékkoteg elvezetése egyéb alkalmazasokhoz
¢ S21 csatlakozo

3 Helyezze vissza az elektromos doboz fedelét, és huzza be a a
vezetékkoteget az alabbi abran lathaté modon.
S Qﬂ
6.2.7 A vezeték nélkiili adapter felszerelése
[+ 0§
20, 25, 35 osztalyhoz

a Cim jumper

@ TAJEKOZTATAS

Ugyelien r4a, hogy NE okozzon kart a szomszédos
alkatrészekben a cim jumper lekapcsolasa kozben.

3 Kapcsolja be a tapellatast.

Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és
lecsukddnak a referenciahely bedllitasahoz.

INFORMACIO

= FTXF-A egységek esetében a tapfesziltség
bekapcsolasa utan 5 peren belil el KELL végezni az
alabbi beallitasokat.

= Amennyiben NEM tudja elvégezni a beallitasokat a
megadott id6én belll, kapcsolja ki az aramellatast
legaldbb 1 percre, miel6tt visszakapcsolnad az

1 Helyezze a vezeték nélkuli adaptert a horgokhoz. ; ©
aramellatast.

2 Lefelé nyomva rogzitse az adaptert.

s X L, i 4 Nyomja meg a egyszerre gombot:
Az eltavolitashoz végezze el a fenti Iépéseket forditott

sorrendben. Modell Gombok

50, 60, 71 osztalyhoz FTXP-L és ATXP-L (TETMP} @"Pj os

5 Nyomja meg:

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatéd
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6 Felszerelés

Modell

Gomb

FTXP-L és ATXP-L

M
TEMP

FTXF-A

6 Valassza ki:

Modell

6.

Jelolés

FTXP-L és ATXP-L

A

= Cs6hajlitas
= Cs6végek peremezése

= Elzarészelepek hasznalata

3.2

= Ne feledje az alabbiakhot adott utmutatokat:

A hiitékozegcsovek 6sszekotésével

kapcsolatos biztonsagi eléirasok

FTXF-A

7 Nyomja meg:

Modell

Gomb

FTXP-L és ATXP-L

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi

fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

FTXF-A

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

R

|_
o))

A

VIGYAZAT

= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

= Az élettartam biztositasa érdekében
szaritot

szerelijen fel

SOHA ne

R32 egységhez. A

szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

ON/OFF /7 _,——b

A

A

VIGYAZAT

()

(s

=
\—

7

= Hasznalja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerllése érdekében csak a perem

belsejére vigyen fel hitékdzeg-olajat. Hasznaljon R32-
hoz valé hiitégépolajat.

a Mikddésjelzé lampa
b Beltéri egység ON/OFF kapcsold
8 Nyomja meg a beltéri egység ON/OFF kapcsolét, amig a
mikodésjelzd lampa villog.

= NE hasznalja Ujra az idomokat.

TAJEKOZTATAS

Jumper Cim
Gyairi beallitas 1
Miutan csip&fogdval 2
levagta

INFORMACIO

Ha NEM tudja elvégezni, mikézben a mikddésjelzé lampa
villog, ismételje meg az eljarast az elsé |épéstdl.

9 A telepités befejezését kdvetéen nyomja meg:

Modell

Gomb

FTXP-L és ATXP-L

Tartsa lenyomva a gombot

korulbelll 5 masodpercig.

FTXF-A

Eredmény: A kezel6felllet visszavalt az el6z6 képernydre.

6.3

A hiitékozegcsovek

Vegye figyelembe a hitékozegcsovekkel

kapcsolatos

kovetkezé korlatozasokat:

= Kertlje el

a Kkijeldlt hatékozegtél eltérd anyagok
(példaul levegd) keveredését a hlitékozegkorbe.

Csak az R32 anyagot
hozzaadasakor.

haszndlia a hitékozeg

Csak olyan Uzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon
(példaul osztott tolt6toml6), amelyek kifejezetten az
R32 Uzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy
kibirjdk a nyomast, és megelézze, hogy idegen
anyagok (példaul asvanyi olajak és nedvesség)
keriljenek a rendszerbe.

= A csoOvet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje

mechanikai igénybevétel.

= A csoveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett

maoédon, hogy ne kerililhessen beléjuk szennyezddés,
nedvesség vagy por.

Legyen nagyon dvatos, amikor rézcsdveket vezet at a
falakon (lasd az alabbi abrat).

csatlakoztatasa

6.3.1

A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa

A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellenérizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

> &

A

Jellemz6 munkafolyamat

A hltékoézegcsdvek csatlakoztatdsa az alabbiakat tartalmazza:

= A h(it6kdzegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

= A hitékézegcsovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

Egység Felszerelés Védelmi médszer
idétartama
Kdultéri egység >1 hoénap Szoritsa el a csovet
<1 hénap Szoritsa el vagy
Beltéri egység Az idétartamtdl ragassza le a csovet
fuggetlendl

= Ht6kdzegesovek szigetelése

DAIKIN
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6 Felszerelés

INFORMACIO

NE nyissa ki a h(it6kozeg elzaroszelepét a hiit6kdzeg
csoveinek ellendrzése el6tt. Ha tovabbi hitékdzeget kell
toltenie, a hitékozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hiitékdzeg-elzard szelepeket.

6.3.3  Utmutaté a hiitékdzegcsovek
osszekotéséhez

Vegye figyelembe a kovetkezd iranyelveket a  csovek

csatlakoztatasakor:

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé feliiletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel huzza meg 3—4 fordulatot, miel6tt
szorosan meghuzna.

| \ lg
:
,

= A hollandi anyakat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csbdvek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzésahoz
MINDIG hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsériilés és a szivargas megel6zése miatt fontos.

1

a—" b

a Figyeljen a helyes szdgre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

3 Vegye le a hollandi anyat az elzaroszeleprdl, és tegye a
hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csOvet. Pontosan a koévetkezd abran lathato
maédon helyezze el.

2

Peremez6 Hagyomanyos peremez6 szerszam
szerszamR32 | Befogés tipus | Szarnyas anyas
hiitékézeg esetén L tipus
(befogés tipus) (Ridgid tipus)
(Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
¢ Cs6csatlakozé
d Hollandi anya
Cséméret |Meghuzényom | Perematmérék | Perem rajza
(mm) aték (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o2
I5og
9,5 33~39 12,8~13,2 TN
@12,7 50~60 16,2~16,6 r\R 0408
15,9 63~75 19,3~19,7 >

6.3.4 Csohajlitasi atmutato

Hasznaljon cs6hajlitét a hajlitashoz. A csévekben lévé hajlitasoknak
a lehet6é legfinomabban iveltnek kell lennitik (a hajlitasi sugarnak

30~40 mm-nek vagy nagyobbnak kell lennie).

6.3.5 A csé6vég tokozasa

A VIGYAZAT

= A nem tOkéletes peremezés hiit6kdzeg-szivargast
okozhat.

= NE haszndlja uUjra a cs6tokokat. A hitékézeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
csétokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat

hasznalja. Mas hollandi anyak hasznalata a
hitékézeggaz szivargasahoz vezethet.

1 Vagja le a csévéget csévagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne

hulljanak a cs6 belsejébe.

5 Ellenérizze, hogy a peremezés jol sikerult-e.

a——b

a A tok belsé feliletén NEM LEHETNEK repedések.

b A csévég kihajlasanak egyenletesnek, tokéletesen kor
alakunak KELL lennie.

c Ellenérizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

6.3.6 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez
= Csobhossz. A hiit6kézegcsovek hosszat a lehetdé legrévidebbre
tervezze.

= Hollandianyas kotések. Csatlakoztassa a hiitékdzegcsoveket az
egységhez hollandianyakkal.

= Szigetelés. Szigetelje a hiit6kozegcsdveket, az dsszekotékabelt
és a kondenzviztomlét a beltéri egységen az alabbiak szerint:

Gazcsd

Gazcs6 szigetelés
Osszekotdkabel
Folyadékcsé
Folyadékcsé szigetelés
Fed6szalag

g Leereszté6tomlé

-0 Q0T O

@ TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy teljesen szigetelte az dsszes
hitékozegcsovet. A szabadon hagyott csdveken para
csapodhat le.
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6 Felszerelés

6.4 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa

6.4.1 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasanak bemutatasa

Jellemz6 munkafolyamat
Az elektromos huzalok bekotése jellemzben a kdévetkezd
szakaszokboal all:

1 Annak ellenérzése, hogy a halozati fesziltség megfelel az
egység villamos eléirasainak.

2  Elektromos huzalok csatlakoztatasa a kultéri egységhez.
3 Elektromos huzalok csatlakoztatasa a beltéri egységhez.

= A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kdvetkezd mddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés modja

Egyeres vezeték cb
T ax
tA__[@)|—~d C_@
—a a
a Egyeres hullamos vezeték
b Csavar
¢ Lapos alatét
a bc

Sodort vezeték kerek

(‘:b

4  Tapellatas csatlakoztatasa. csatlakozdsaruval B ‘( JJ
6.4.2  Ovintézkedések az elektromos huzalozas |
csatlakoztatasakor
INFORMACIO a Kivezetés
Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi b Csavar
fejezeteben is: ¢ Lapos alatét
= Altalanos biztonsagi eléirasok O Helyes
= El6készités X NEM helyes
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE Meghuzényomatékok
Elem Meghuzényomaték (Nm)
FIGYELEM M4 (X1M) 1,2~1,5
MINDIG tébb eres kabelt hasznaljon a tapellatas M4 (foldelés)
kabeleihez.
FIGYELEM 6.4.4 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevék

Ha a tapkabel sériilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tuzet okozhat.

FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

BB B PP

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramutést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen csOvek nagyon
felforrésodhatnak.

6.4.3 Irdnyelvek az elektromos huzalozas
csatlakoztatasahoz

Tartsa szem elétt az alabbiakat:

= Ha sodort vezetéket hasznal, szereljen fel egy kerek
csatlakozésarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erfsitse fel a
csatlakozot a megfeleld eszkozzel.

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozo

miiszaki jellemzdi

Alkatrész

Osszekdtdkabel (beltérikiiltéri)

4-eres kabel 21,5 mm?,
220~240 V feszlltséghez

6.4.5 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a beltéri egységen

Az elektromos munkalatok végrehajtasa soran figyelembe kell venni
a szerelési kézikdnyv el6irasait, valamint az adott orszag elektromos
huzalozasra vonatkozé szabalyait és gyakorlati kodexét.

Fontos, hogy a tapkabeleket és a jelatviteli kabeleket egymastol
elszigetelve kell vezetni. Az elektromos interferencia elkerilése
érdekében a kabelek kdzott MINDIG legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.

@ TAJEKOZTATAS

A tapvezetéket és a jelatviteli vezetéket egymastdl tavol
kell tartani. A jelatviteli és a tapvezetékek keresztezhetik
egymast, de NEM futhatnak egymassal parhuzamosan.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termetl
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

I

a Csatlakozéblokk

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Beilizemelés

b Elektromos alkatrészdoboz
c Vezetékbilincs

1 Csupaszitsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.

2 Egyeztesse a vezetékek szinét a beltéri egység
csatlakozoblokkjaban a csatlakozok sorszamaval, és jol
régzitse a csavarral a vezetékeket a megfeleld csatlakozdba.

A foldel6vezetéket csatlakoztassa a helyes csatlakozdkhoz.

Huzassal ellendrizze, hogy a vezetékek joél vannak-e rogzitve,
majd rogzitse a vezetékeket bilinccsel is.

5 Igazitsa ugy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonsagosan
a helyére keriilhessen, majd zarja le a szervizfedelet.

6 A csatlakozok csavarjaival
vezetékeket.

biztonsagosan rogzitse a

fo!
o
O

i

@Bwn =
V11

7 Belizemelés

7.1 Attekintés: Belizemelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni az egység prébaizemérdl a beszerelést kdvetben.

Jellemz6 munkafolyamat

A beuzemelés jellemzéen a kdvetkezb lépésekbdl all:
1 A'"Belizemelés elétti ellenérzélista” ellenérzése.
2  Arendszer probalizemének végrehajtasa.

7.2 Ellenorzoélista belizemelés elott

NE Gzemelje be a rendszert, miel6tt a kdvetkezbket ellendrizné:

Az egységek koOzotti huzalozashoz Osszekotékabelt
hasznalt.

A beltéri egység jelet kap a felhasznaléi

kezel6feliiletrol.

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sértlt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csovek
a kiltéri és beltéri egységben.

NINCS hiit6kozeg-szivargas.

A megfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csodvek
megfeleléen szigetelve vannak.

Az elzaroszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen

oo g iorgg

teljesen nyitva vannak.

] Elolvasta a szerel6i referencia-itmutatéban ismertetett
teljes szerelési utmutatast.

A beltéri egységek megfeleléen fel van szerelve.

L]
O] A kiiltéri egység megfelelen fel van szerelve.
0] Levegbbemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy -
kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok, csomagoléanyag
vagy barmi mas.

NINCS hianyzé fazis vagy forditott fazis.

L]

A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
vannak.

L]

Vizelvezetés
L]

Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.

0] A rendszer megfelel6en foldelt, és a foldelési kivezetések
rogzitve vannak.

O] A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
készllékek a jelen dokumentumnak megfelel6en lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

O] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén

talalhato feszlltségnek megfeleld.

7.3 Prébailizem végrehajtasa

El6feltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

Elofeltétel: A probaizem elvégezhetd hités vagy fiités
Uzemmaodban.

Elofeltétel: A prébalizemet a beltéri egység szerelési
kézikdnyvének megfeleléen végezze el annak biztositasahoz, hogy
az 6sszes funkcid és rész megfeleléen mikodjon.

1 Hités Uzemmoédban vélassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Fiités zemmodban valassza ki
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. Sziikség esetén
a prébalizem kikapcsolhaté.

2 A probauzem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Hités médban: 26~28°C, flités médban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer miikddése 3 perc
mulva leall.
7.31 Prébaiizem elvégzése a téli szezonban

Ha télen Hiités izemmaoddban mikddteti a klimaberendezést, mindig
koévesse az alabbiakban leirt utmutatasokat.

FTXP-L és ATXP-L fegységek esetében
[ ~ W TEMP
1 Nyomja meg egyszerre a [TEMP|, M és gombokat.

A
2 Nyomja meg a ITEMP| gombot.
Valassza kia 1~ lehet6séget.

3
4 Nyomja meg a gombot.
5 Nyomja meg a cooL vagy a HEAT gombot a rendszer

bekapcsolasahoz.

Eredmény: A prébaizem korllbelil 30 perc mulva
automatikusan leall.

6 Egy Uzemmod leallitasahoz nyomja meg a gombot.
FTXF-A egységek esetében

7 Nyomjameg a gombot a rendszer bekapcsolasahoz.
[ ~ W TEMP

8 Nyomja meg egyszerre a |TEMP|, M és gomb kdzepét.

9 Nyomja meg kétszer a gombot.

Eredmény: | jelenk meg a kielzén. A probalizem
kivalasztasa megtortént.

Eredmény: A probalzem korulbelll 30 perc mulva automatikusan
leall.

10 Egy Uzemmdd ledllitdsahoz nyomja meg a gombot.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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8 Atadas a felhasznalénak

INFORMACIO

Egyes funkciok NEM HASZNALHATOK a probaiizem
mikddésekor.

Ha mikodés kozben lép fel aramsziinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan automatikusan ajraindul.

8 Atadas a felhasznalonak

A prébalzem utan és az egység megfeleld6 mikodése esetén
gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznald megértette a kdvetkezdket:

= Gy6zb6djon meg rola, hogy a felhasznald rendelkezik a nyomtatott
dokumentéacidéval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentaci6 megtalalhatd az ebben a kézikényvben mar
korabban leirt webcimen.

= Magyarazza el a felhasznalénak, hogyan lehet megfeleléen
Uzemeltetni a rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merl fel.

= Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

9 Hulladékba helyezés

Az egység szétszerelését, a hlitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen KELL végezni.

Szerel6i referencia-ttmutaté DAIKIN (A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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10 Miiszaki adatok

10 Miiszaki adatok

A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be. A miszaki
adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentaciéjat az Daikin extraneten (jelsz6 szlikséges) szerezheti be.

10.1 Huzalozasi rajz

Egységesitett huzalozasi rajz — jelmagyarazat
Az alkalmazott alkatrészekhez és szamozashoz tanulmanyozza az egységre ragasztott huzalozasi rajzot. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal,
ndvekvo sorrendben torténik. A szamozast az alébbi attekintésben az alkatrészkddban ™" szimbdlum jeloli.
a ARAMKORMEGSZAKITO D VEDOFOLDELES
o CSATLAKOZAS (D) VEDOFOLDELES (CSAVAR)
—(= , D» CSATLAKOZO @ EGYENIRANYITO
L FOLDELES —-—)— RELECSATLAKOZO
s i B == HELYSZINI HUZALOZAS Iﬁ ROVIDZARLATI CSATLAKOZO
+—3 BIZTOSITEK —O— KIVEZETES
ﬁ BELTERI EGYSEG [T 1] KAPOCSLEC
INDOOR
b_ KULTERIEGYSEG o e VEZETEKFOGO
OUTDOOR
BLK : FEKETE GRN : ZOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER
BLU : KEK GRY : SZURKE PRPPPL : LILA YLIW :  SARGA
BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED : RED
AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* NYOMOGOMB BE/KI, UZEMELTETO KAPCSOLO PTC* HOMERSEKLET-ERZEKELO PTC
BZ H*O HANGJELZES Q* SZIGETELT KAPUJU BIPOLARIS TRANZISZTOR
(IGBT)
c KONDENZATOR QDI FOLDZARLATVEDELMI ARAMKOR-MEGSZAKITO
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, CSATLAKOZTATAS, CSATLAKOZO QL TULTERHELESVEDO
HR*, MR*_ A, MR* B, S, U,V,
W, XA, K*R_*
D*, V'D DIODA QM FUTESKAPCSOLO
DB* DIODAHID R* ELLENALLAS
Ds* DIP KAPCSOLO RT TERMISZTOR
E*H FUTOELEM RC VEVO
F*U, FU* (AJELLEMZOKET AZ BIZTOSITEK SC VEGALLASKAPCSOLO
EGYSEGBEN TALALHATO JEL
PANELEN TEKINTHETI MEG)
FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELESE) S USZOKAPCSOLO
H* VEZETEKKOTEG S*NPH NYOMASERZEKELO (MAGAS)
H*P, LED*, VL ELLENORZOLAMPA, FENYKIBOCSATO DIODA S*NPL NYOMASERZEKELO (ALACSONY)
HAP FENYKIBOCSATO DIODA (SZERVIZKIJELZO, ZOLD) ~ S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
MAGASFESZULTSEG MAGASFESZULTSEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
IES INTELLIGENS SZEMERZEKELO ST TERMOSZTAT
IPM* INTELLIGENS ARAMMODUL SW, SW* UZEMMODKAPCSOLO
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNESES RELE SA* F1S TULFESZULTSEGVEDO
L ELO SR*, WLU JELFOGADO
L* TEKERCS Ss* VALASZTOKAPCSOLO
LR FOJTOTEKERCS SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ
M* LEPTETOMOTOR TR TRANSZFORMATOR
MC KOMPRESSZOR MOTOR TC,TRC JELADO
MF VENTILATORMOTOR V5 RV VARISZTOR
MP ELVEZETOSZIVATTYU-MOTOR V'R DIODAHID
M*S LEGYEZOMOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNESES RELE X* KIVEZETES
N SEMLEGES XM KAPOCSLEC (BLOKK)
n=* N=* ATHALADAS SZAMAAFERRITGYURUN Y'E ELEKTRONIKUS SZABALYOZOSZELEP
PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO YR, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO SZOLENOID SZELEPE
pCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA z*C FERRITGYURU
PM* INTELLIGENS MODUL ZF,Z°F ZAJSZURO
(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatéd
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11 Szbszedet

11 Szészedet

Kereskedd
A termék forgalmazdja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez szilikséges képzettséggel
igazoltan rendelkez6 miszaki szakember.

Felhasznal6
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
személy.

Vonatkozé jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozd
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, térvény,
szabalyozas és/vagy szabalyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szukséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készilékhez, amely leirja a felszerelés, a bedllitas és a
karbantartas madjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja az lizemeltetés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
késziulékhez, amely leija a termék vagy készilék
felszerelésének, bedllitasanak, Uzemeltetésének és/vagy
karbantartasanak maodjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikényvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacio utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jovahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidoban leirt modon
mikodtethetdk egyutt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentaciéban leirt moédon mikodtetheték
egyutt a termékkel.

Szerel6i referencia-utmutatd DAIKIN
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