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1 Generelle sikkerhetshensyn

1.2 For montgren

1.21 Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER pa hvordan du monterer
eller betjener enheten.

MERKNAD

Hvis det gjares feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbeher, kan det fere til elektrisk stgt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade pa utstyret. Bruk bare
tilbeher, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL

Sgrg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,...) nar du monterer, vedlikeholder eller utfarer
service pa systemet.

ADVARSEL

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

> Bl P

FARE: BRENNSKADER

= IKKE ta pa kjelerarene, vannrgrene eller innvendige
deler under og rett etter bruk. De kan veere for varme
eller for kalde. Gi dem tid til & fa tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du ma bergre dem.

B>

= |IKKE bergr kjglemiddel som har lekket ut ved et uhell.

ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for a forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
kommer i kontakt med elekiriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, rayk eller brann.

A LIVSFARE

Du ma IKKE bergre
aluminiumsribber.

MERKNAD

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppa enheten.

>

anleggets Iuftinntak eller

= Du ma IKKE sitte, klatre eller sta pa enheten.

MERKNAD

Arbeid pa utendersenheten ber utferes i torre veerforhold
for & unnga vanninntrengning.

Ifelge gjeldende lovgivning kan det veere ngdvendig a fere en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder...

| tillegg SKAL som et minimum fglgende informasjon oppgis pa et
tilgjengelig sted pa produktet:

= Instruksjoner for avstenging av systemet i et ngdstilfelle
= Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus

= Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstatte

| Europa gir EN378 den ngdvendige veiledningen for denne
loggboken.

1.2.2 Installasjonssted

= Sgrg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

= Sgrg for at installasjonsstedet taler enhetens vekt og vibrasjoner.

= Kontroller at omradet er godt ventilert. Ventilasjonslukene ma
IKKE blokkeres.

= Sorg for at enheten star plant.

IKKE installer enheten pa felgende steder:
= | potensielt eksplosive omgivelser.

= Pa steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
balger. Elektromagnetiske balger kan forstyrre styresystemet og
forarsake funksjonsfeil i utstyret.

= Pa steder der det er fare for brann pa grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig stev.

= Pa steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrgr eller loddede deler kan
forarsake lekkasje av kjglemiddel.

= | baderom.

Instruksjoner for utstyr som bruker kjglemedium
R32

Hvis det er aktuelt.

A ADVARSEL

Ma IKKE perforeres eller brennes.

= Bruk IKKE andre midler enn de som anbefales av
produsenten nar du vil fremskynde avisingen eller
rengjgre utstyret.

= Husk at kjglemedium R32 IKKE avgir lukt.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk
skade og i et godt ventilet rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift), og
stgrrelsen pa rommet skal veere som angitt nedenfor.

@ MERKNAD

= Det skal IKKE benyttes brukte skjgteelementer.

= Skjoter mellom deler i kjglemediesystemet i en
installasjon skal veere tilgjengelige for vedlikehold.

A ADVARSEL

Pass pa at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon
er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende
lovgivning (for eksempel nasjonale gassforskrifter), og at
de utfgres av godkjent personell.

Krav til installeringsomradet

@ MERKNAD

= Rorsystemet skal beskyttes mot fysiske skader.

= Installasjon av rgrsystem skal holdes til et minimum.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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1 Generelle sikkerhetshensyn

A ADVARSEL A (M)
Hvis utstyr inneholder kjglemedium R32, MA gulvarealet i 550540
rom der utstyret er installert, betienes og lagres, veere S0 /
starre enn minimum gulvareal, som er angitt i tabellen 510500
under A (m?). Dette gjelder for: 490480 /
« Innendarsenhet uten foler for kjslemedielekkasje. Se i 00 /
installeringshandboken for innendgrsenhet med foler 450440
for kjglemedielekkasje 430420 /
» Utendersenheter som er installert eller som lagres 00 S
innenders (f.eks. vinterhage, garasje, maskinrom) 390380 s:/
s
= Rorsystem i omrader uten ventilasjon 370360 o
350 g
. . 4 S
Slik fastsetter du minimum gulvareal 3303 ’ &
320
1 Fastsett total mengde pafylt kjolemedium i systemet 0
(= fabrikkfylt mengde kjglemedium @ + @ ekstra mengde pafylt 20
kjglemedium). 210
260
Contains fluorinated greenhouse gases %0 20
230
| R32 o= ke 2102
GWP: xxx 200
0= k 19
(2] —_— 170
r. 9 o+0- |kg AL
GWP x ki
'l ,_l Tog= tCO,eq 130140
Mowzo
2 Fastsett hvilken graf eller tabell du skal bruke. 90100
= For innendgrsanlegg: Er anlegget takmontert, veggmontert 70 0 e
eller gulvmontert? 502 WA quned W+
= For utendgrsanlegg som er installert eller som lagres 2 40 | {W
innendars, og lokalt reropplegg i omrader uten ventilasjon, 0 0|~ /_/f/,_;/—/{.’-‘“/ng_mounted un!
avhenger dette av installeringshgyden: 0 "
1114 018122126] 3 [34/38[42/46( 5 |54/58/62[66] 7 [74]78
— . - 1216 24 28 32 36 4 44 48 52 64 68 72 76 7956
Hvis installeringshgyden er |Sa skal du bruke grafen eller m (kg)
tabellen for ...
<1,8m Gulvmonterte anlegg Ceiling-r-r:g)unted WaII-mf::)nted Floor-s?:cr)lding
uni uni uni
1,8sx<2,2 m Veggmonterte anle
99 99 m (kg)—A,, (M) |m(kg)—A,, (m) mkg)—A,, (m)
222m Takmonterte anlegg <1204 _ <1204 Py —
s - 1.225——0.956 1.225——1.43 1.225——12.9
3 Bruk grafen eller tabellen til & fastsette minimum gulvareal. 14— 125 14— 187 14— 168
1.6—1.63 1.6——2.44 1.6——22.0
1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
20—255 2.0—3.81 2.0—343
22—3.09 22—4.61 22—415
24—3.68 24—549 24——494
26—4.31 26—6.44 2.6——58.0
2.8——5.00 28—7.47 2.8—67.3
3.0—5.74 3.0—8.58 3.0—77.2
3.2—6.54 32—9.76 3.2—87.9
34—7.38 34—11.0 34—99.2
3.6 —8.27 3.6—124 3.6——111
3.8——9.22 3.8——13.8 3.8——124
4.0—10.2 40—153 40—137
42—113 42—16.8 42—151
44—124 44—185 4.4—166
46——13.5 46——20.2 46—182
48 —147 48——22.0 4.8——198
5.0—16.0 5.0—23.8 5.0—215
52—173 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4——250
5.6 ——20.0 5.6——29.9 5.6——269
58——215 5.8——32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2—331 72—49.4 7.2——445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m  Totalt pafylt kiglemedium i systemet
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1 Generelle sikkerhetshensyn

1.2.3

A.in Minimum gulvareal
(a) Ceiling-mounted unit (= takmontert anlegg)
(b) Wall-mounted unit (= veggmontert anlegg)
(c) Floor-standing unit (= gulvmontert anlegg)

Kjolemiddel

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade i
installeringshandboken eller installatgrens referanseguide.

o

MERKNAD

Serg for at installasjonen av kjglemiddelrgr overholder
gjeldende lovgivning. | Europa er EN378 den aktuelle
standarden.

1]

MERKNAD

Serg for at lokalt rgropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes
for belastninger.

A

ADVARSEL

Under testing ma du ALDRI trykksette produktet utover
maksimalt tillatt trykk (som angitt pa enhetens merkeplate).

ADVARSEL

Ta ngdvendige forholdsregler i tilfelle kjglemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjolemiddelgass, ma du lufte omradet
umiddelbart. Mulige risikoer:

= Store mengder kjglemiddel i et lukket rom kan fgre til
oksygenmangel.

= Det kan dannes giftige gasser hvis kjglemiddelgassen
kommer i kontakt med apen flamme.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Utpumping - kjolemedielekkasje. Hvis du vil utfere
utpumping pa systemet og det er lekkasje i
kjglemediekretsen:

= Du ma IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjglemediet fra
systemet i utendgrsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjgrer.

= Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE ma kjgre.

ADVARSEL

Kjglemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljget. Bruk en vakuumpumpe til & temme
installasjonen.

MERKNAD

Etter at alle rarene er blitt koblet til, ma du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til & utfere en
gasslekkasjeregistrering.

MERKNAD

= Du md IKKE fylle pa mer kjglemedium enn angitt
mengde, for ellers kan kompressoren bli gdelagt.

= Nar kjglemediesystemet skal apnes, MA kjalemediet
handteres i henhold til gjeldende lovgivning.

A

ADVARSEL

Sgrg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun
fylles kjslemedium etter at det er blitt utfart en lekkasjetest
og vakuumtgrking.

= Ved behov for ekstra pafylling, se anleggets merkeplate. Den
angir typen kjglemedium og ngdvendig mengde.

= Enheten er fylt med kjglemedium fra fabrikken og enkelte
systemer krever kanskje ekstra pafylling av kjglemedium avhengig
av rgrstgrrelser og -lengder.

= Bruk kun verktgy som er beregnet for den typen kjglemedium som
brukes i systemet, for a sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.

= Slik fyller du pa flytende kjglemedium:

Hvis Sa

Det finnes et hevertrar

(dvs. sylinderen er merket med
"Veeskepafyllingshevert tilkoblet")

Fyll pa sylinderen mens den er i
staende posisjon.

I

Det finnes IKKE et hevertrgr

Fyll pa sylinderen mens den star

opp ned.

« Apne kjglemediesylindere sakte.

= Fyll pa kjglemedium i vaeskeform. Hvis det fylles p4 som gass,
kan dette forhindre normal drift.

A

LIVSFARE

Steng ventilen til kjglemedietanken omgaende nar
pafyllingen av kjglemedium er fullfert eller hvis det tas en
midlertidige pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgaende,
kan gjenvaerende trykk medfere at det fylles pa ytterligere
kjglemedium. Mulige konsekvens: Feil
kjglemediummengde.

1.2.4

Saltopplesning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshandboken eller installaterens
oppslagsverk for ditt bruksomrade for mer informasjon.

A

ADVARSEL

Valget av saltopplgsningen MA veere i samsvar med
gjeldende lovgivning.

A

ADVARSEL

Ta ngdvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av
saltopplgsningen. Hvis det lekker ut saltopplgsning,
ventiler omradet umiddelbart og kontakt din lokale
forhandler.

A

ADVARSEL

Miljgtemperaturen inne i enheten kan bli mye hgyere enn
den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltopplgsningslekkasje
kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.

A

ADVARSEL

Bruk og installasjon av enheten ma overholde sikkerhets-
og miljgforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.

1.2.5

Vann

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade i
installeringshandboken eller installatgrens referanseguide.

®

MERKNAD

Kontroller at
98/83 EC.

vannkvaliteten overholder EU-direktiv

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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2 Om dokumentasjonen

1.2.6

Elektrisk

FARE: ELEKTRISK ST@T

= Sla AV all stremforsyning fer du fierner panelet pa
bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller
berarer elektriske deler.

= Koble fra stremforsyningen i mer enn 1 minutt, og mal
spenningen pa terminalene pa hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter for
vedlikehold/service. Spenningen MA vaere mindre enn
50 V DC fer du kan bergre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.

= IKKE bergr
hender.

elektriske komponenter med fuktige

= IKKE la enheten sta ubetjent nar servicedekselet er
fiernet.

A ADVARSEL

Hvis det IKKE ble installert pa fabrikken, MA det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en bergringsavstand pa alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori Ill.

A ADVARSEL

Bruk KUN kobberledninger.

= Pass pa at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

Alle lokale ledningsopplegg MA utfares i samsvar med
koblingsskjemaet som felger produktet.

= Klem ALDRI sammen buntede kabler, og serg for at de
IKKE kommer i kontakt med rgropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

= Serg for a installere jordingsledninger. Anlegget ma
IKKE jordes til vannrgr, innkoblingsdemper eller
telefonjording.  Ufullstendig jording kan medfere
elektrisk stot.

= Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
stromkrets. Bruk ALDRI en strgmtilfersel som deles
med annet utstyr.

= Segrg for & montere ng@dvendige sikringer eller

kretsbrytere.

= Sgrg for & installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjer
det, kan det fare til elektrisk stat eller brann.

= Ved installering av jordfeilbryteren ma det kontrolleres

®

MERKNAD

Forholdsregler ved legging av stremledninger:
( J (] won @

O X X

= IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for stremtilfersel (slakk i stremledningen kan fare til
unormal oppvarming).

= Folg figuren over nar du tilkobler ledninger av. samme
tykkelse.

= Bruk angitt stremledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for a
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

= Bruk riktig skrutrekker til & stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjere
det umulig & stramme skruene skikkelig.

= Overstramming av kontaktskruene kan gdelegge dem.

ADVARSEL

= Nar det elektriske arbeidet er utfert, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

= Kontroller at alle deksler og lokk er lukket for du starter
opp enheten.

®

MERKNAD

Bare aktuelt hvis stremforsyningen er
kompressoren har en PA/AV-startmetode.

trefaset, og

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strembrudd og streammen gar av og pa mens
produktet er i drift, kan du sette pa en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjgres med
reversert fase, kan det gdelegge kompressoren og andre
deler.

21

Om dokumentasjonen

Om dette dokumentet

INFORMASJON

Serg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og
be ham/henne om & oppbevare den for fremtidige

at den er kompatibel med vekselretteren (som ma tale referanseformal.
heyfrekvent elektrisk stgy) for a wunnga at
jordfeilbryteren slar ut i utide. Malpublikum
Autoriserte installatgrer
INFORMASJON
Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder,
eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.
Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:
= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese far installering
= Format: Papir (i esken til innendgrsanlegget)
Referanseguide for montgrer DAIKIN (A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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3 Om esken

= Installeringshandbok for innendgrsanlegg:
= Installeringsanvisninger
= Format: Papir (i esken til innendgrsanlegget)
= Referanseguide for montorer:
= Forberedelser for installering, god praksis, referansedata osv.

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan veere tilgjengelig pa
det regionale Daikin-webomradet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

2.2 Rask oversikt over referanseguide
for installator

m Skjert innhold, behandles forsiktig.

Searg for at enheten star oppreist for & unnga skader.

= Klargjer pa forhand den veien du vil anlegget skal fares inn.

3.2 Innendgrsenhet

INFORMASJON

Folgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer
kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

Kapittel

Beskrivelse

Generelle
sikkerhetshensyn

Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese for
installering

Om dokumentasjonen

Hva slags dokumentasjon finnes det for
installataren

Om boksen Slik pakker du ut enhetene og fierner
tilbehgret
Om enheten = Slik identifiserer du enhetene

= Driftsomrade

Forberedelse

Hva du ma gjere og vite fgr du drar til
stedet

Installering Hva du ma gjere og vite for a installere
systemet
Ferdigstilling Hva du ma gjere og vite for a ferdigstille

systemet etter at det er konfigurert

Overlevering til brukeren

Hva du ma gi til og forklare for brukeren

Kassering

Slik kasserer du systemet

Tekniske data

Spesifikasjoner for systemet

Ordliste

Definisjon av termer

3 Om esken

3.1 Oversikt: om boksen

Dette kapittelet beskriver hva du ma gjere etter at boksen med

innendgrsenheten leveres pa stedet.

Den inneholder informasjon om fglgende:

= Pakke ut og handtere anleggene

= Fjerne tilbehgr fra anleggene

Ta hensyn til falgende:

= Ved levering MA det undersokes om enheten er skadet.
Eventuelle skader MA rapporteres umiddelbart til transportagrens

klagebehandler.

= Bring den innpakkede enheten sa neer installeringsstedet som

mulig for & unnga at det oppstar skader under transport.

= Pass pa felgende nar du handterer anlegget:

3.21 Slik pakker du ut innendgrsenheten

3.2.2

a Installeringshandbok

b  Driftshandbok

¢ Generelle sikkerhetshensyn

d Luktfierningsfilter (kun for FTXP20~35L og ATXP20~35L)

e Festeskrue for innendgrsenhet (M4x12L). Se "6.2.4 Slik
monterer du innendgrsenheten" pa side 12.

f Torrbatterier AAA.LRO3 (alkaliske) til brukerkontroll

g Holder til brukerkontroll

h  Brukerkontroll

i Festeplate

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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4 Om anleggene

4 Om anleggene

4.1 Systemoppsett

@ MERKNAD

Systemets konstruksjon ma ikke endres ved temperaturer
under —15°C.

77 _v_

wt 1 L

_!-s_

CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT]

Innendgrsenhet
Servicelokk

Luftfilter

Luktfierningsfilter (kun for ATXP-L og FTXP-L)
Kjolemediergr, dreneringsslange og ksammenkoblingsabel
Isoleringsteip

“~0® Q0T O

4.2 Driftsomrade

Bruk systemet innenfor fglgende temperatur- og fuktighetsomrader
for & fa en sikker og effektiv drift av anlegget.

Driftsmodus Driftsomrade
Kjgling®@® = Utetemperatur: —10~46°C

= Innendgrstemperatur: 18~32°C
= Luftfuktighet innendgrs: <80%
Oppvarming® = Utetemperatur: —15~24°C

= Innendgrstemperatur: 10~30°C
Tarking® = Utetemperatur: —10~46°C

= Innendgrstemperatur: 18~32°C
= Luftfuktighet innendgrs: <80%

Ved bruk utenfor driftsomradet:
(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet.
(b) Kondens kan oppsta pa innendgrsenheten og dryppe ned.

5 Forberedelse

5.1 Oversikt: klargjering

Dette kapitlet beskriver hva du ma gjere og vite for du drar til stedet.
Den inneholder informasjon om fglgende:
= Klargjgre installeringsstedet

= Klargjare kjglemediergrene

= Klargjere de elektriske ledningene

5.2 Klargjere installeringsstedet

IKKE installer enheten pa steder som ofte brukes som arbeidsplass.
| tilfelle bygningsarbeid (f.eks. slipearbeid) der det dannes mye stov,
MA enheten dekkes til.

Velg et installeringssted med tilstrekkelig plass til & transportere
enheten inn og ut.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel &pen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

5.21 Krav til installeringssted for
innendgrsanlegget

INFORMASJON

Les ogsa forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".

INFORMASJON

Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

= Luftstrem. Pass pa at luftstremmen ikke blokkeres.

= Drenering. Serg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig
mate.

= Veggisolasjon. Nar temperaturen i veggen overstiger 30°C og
den relative fuktigheten 80%, eller nar friskluft kommer inn i
veggen, er det ngdvendig med tilleggsisolasjon (minimum 10 mm
tykt lag av polyetylenskum).

= Veggens bareevne. Kontroller at veggen eller gulvet er sterkt
nok til & beere vekten av enheten. Forsterk om ngdvendig veggen
eller gulvet for du installerer enheten.

Installer strgmledningene minst 1 meter unna TV- eller
radioapparater for & forhindre interferens. 3 meter er kanskje IKKE
nok, avhengig av radiobglgene.

= Velg en plassering der varm/kald luft fra anlegget eller driftssteyen
IKKE vil forstyrre noen.

= Lysstoffrer. Ta hensyn til falgende for & unnga forstyrrelser nar
du installerer et tradlgst brukergrensesnitt i et rom med lysstoffror:

= Installer det tradlgse
innendgrsanlegget som mulig.

brukergrensesnittet sa  neer

= Installer innendgrsanlegget lengst mulig vekk fra lysstoffror.

= Steder der det kan finnes mineraloljetake, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller fgre til vannlekkasje.

Det anbefales IKKE & installere anlegget pa falgende steder fordi det
kan redusere anleggets levetid:

= Der spenningen varierer kraftig
= | kjgretayer eller skip
= Der det forekommer syreholdig eller basisk damp

= Steder der det kan finnes mineraloljetake, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller fgre til vannlekkasje.

= Pa steder der enheten befinner sg i direkte sollys.
= | baderom.

= Lydfglsomme omrader (f.eks. nezer et soverom), for & unnga
forstyrrelser pga. driftsstay.

Referanseguide for montgrer
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6 Installering

A ADVARSEL

IKKE plasser gjenstander under innendgrs- og/eller
utendgrsenheten fordi de kan bli vate. Under disse
forholdene kan enheten eller kjglemiddelrgrene, smuss i
luftfilteret eller tilstoppet drenering fgre til drypping. Dette
forer til at gjenstanden som er plassert under enheten blir
skitten eller gdelagt.

= Avstand. Installer enheten minst 1,8 m fra gulvet og husk
felgende betingelser for avstand til vegger og tak:

o
@
Al

(mm)

5.3 Klargjore reropplegg for
kjelemiddel

5.3.1 Krav til kjslemedierar

INFORMASJON

Les ogsa forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".

Diameter pa kjglemediergr

Bruk samme diametere som tilkoblingene pa utendgrsenhetene:

Klasse L1 vaeskeror L1 gassrer
20~35 06,4 29,5
50+60 76,4 12,7

71 76,4 15,9

Bruk samme diametere som tilkoblingene pa utendersenhetene:

Klasse L1 vaeskeror L1 gassrer
15~35 76,4 9,5
42+50 76,4 @12,7

Materiale pa kjglemediergr

= Rermateriale: Sgmlgst kobberrgr som er deoksidert med
fosforsyre.

= Koniske tilkoblinger: Bruk kun herdet materiale.

* Rorenes herdingsgrad og tykkelse:

Ytre diameter
(9)

Herdingsgrad | Tykkelse (t)®

= Isolasjonstykkelse

Utvendig Isolasjonens Isolasjonstykkelse
rerdiameter (@,) |innvendige diameter (t)
(@)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm
ﬁb\/— i,
(o4

&

Hvis temperaturen er hgyere enn 30°C og luftfuktigheten er hayere
enn RH 80%, ma tykkelsen péa isolasjonsmaterialet veere minst
20 mm for & unnga kondensering pa isolasjonens overflate.

54 Klargjore elektrisk
ledningsopplegg

5.41 Om klargjering av det elektriske
ledningsopplegget

INFORMASJON

Les ogsa forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".

A ADVARSEL

= Hvis stremforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret ga i stykker.

= Etabler riktig jording. Enheten ma IKKE jordes il
vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medfgre elektrisk stat.

= Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller reropplegget, spesielt pa hgyttrykkssiden.

= IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertradet leder, skjoteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan fere til overoppheting, elektrisk
stot eller brann.

= IKKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten
er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil
redusere ytelsen og kan fere til ulykker.

6,4 mm (1/4") Herdet (O) 20,8 mm )

N
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8")

(a) Det kan vaere behov for en starre rartykkelse avhengig av
gjeldende lovgivning og enhetens maksimale arbeidstrykk
(se "PS High" pa enhetens merkeplate).

5.3.2 Isolasjon av kjglemiddelror

= Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale:

= med en varmeoverfgringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK
(0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemotstand pa minst 120°C

ADVARSEL

= Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
elektriker og overholde gjeldende lovgivning.

= Foreta elektriske
ledningsopplegget.

tilkoblinger  til det faste

= Alle komponenter kjgpt pa stedet og all elektrisk
konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
Bruk ALLTID multikjernekabler til stramforsyning.

6 Installering

6.1 Oversikt: Installering

Dette kapitlet beskriver hva du ma gjere og vite pa stedet for a
installere systemet.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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6 Installering

Typisk arbeidsflyt

Installering bestar vanligvis av falgende trinn:
Montere utendgrsenheten.

Montere innendgrsenheten.

Tilkoble kjglemediergrene.

Kontrollere kjglemediergrene.

Fylle pa kjglemedium.

Tilkoble de elektriske ledningene.

Ferdigstille installeringen av utendgrsenheten.
Ferdigstille installeringen av innendarsenheten.

INFORMASJON

Se i installeringshandboken for utendgrsenheten nar du
skal installere utendgrsenheten (montere
utendgrsenheten, koble kjglemediergrene til
utendgrsenheten, koble de elektriske ledningene til
utendersenheten ...).

INFORMASJON

Dette kapitlet beskriver bare installeringsanvisningene som
gjelder for innendgrsanlegget. For andre anvisninger kan
du se:

© N O g b~ ON =

= Installeringshandboken for utendgrsanlegget
= Installeringshandboken for brukergrensesnittet

= Installeringshandboken for valgfritt tilleggsutstyr

6.2 Montere innendgrsenheten

6.2.1 Forholdsregler ved montering av
innendgrsenheten

INFORMASJON
Les ogsa om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
= Generelle sikkerhetshensyn

= Forberedelse

6.2.2 Slik apner du innendgrsenheten

To remove the front panel

1 Hold frontpanelet i panelknastene pa hver side, og apne det.

a Fordypninger pa enheten

2 Skyv frontpanelet mot venstre eller hgyre samtidig som du
trekker det mot deg for a ta det av.

Resultat: Akselen pa side 1 Igsner.

3 Losne deretter akselen pa frontpanelet pa den andre siden pa
samme mate.

a Aksel pa frontpanel

Sette tilbake frontpanelet

1 Sett pa frontpanelet. Juster akslene etter sporene og skyv dem
helt inn.

2 Lukk frontpanelet forsiktig, og press pa begge sider.

Ta av frontristen

A LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebiriller,...) nar du monterer, vedlikeholder eller utfgrer
service pa systemet.

1 Ta av frontpanelet for a fierne luftfilteret.

2 Fjern 2 skruer (klasse 20~35) eller 3 skruer (klasse 50~71) fra
frontristen.

3 Trykk ned de 3 gvre krokene merket med et symbol med 3
sirkler.

R
w0

a Ovre krok
b  Symbol med 3 sirkler

4 Vianbefaler at man apner klaffen far man fierner frontristen.

5 Plasser begge hender under midten av frontristen, og skyv den
opp og deretter mot deg.

< S

Sette tilbake frontristen

1 Installer frontristen, og pase at de 3 @vre krokene griper inn.

2 Skru inn 2 skruer (klasse 20~35) eller 3 skruer (klasse 50~71) i
frontristen igjen.

3 Installer luftfilteret, og monter deretter frontpanelet.

Ta av dekselet pa den elektriske koblingsboksen

1 Taav frontristen.

2 Fjern 1 skrue fra den elektriske koblingsboksen.

Referanseguide for montgrer
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6 Installering

3 Apne dekselet pa den elektriske koblingsboksen ved & trekke i

den utstikkende delen gverst pa dekselet.

4 Hekt av knasten nederst og ta av dekselet pa den elektriske
koblingsboksen.

a Knast
b Utstikkende del gverst pa dekselet
c Skrue

5 For a sette tilbake dekselet, hekt forst den nedre knasten pa
den elektriske koblingsboksen og skyv dekselet inn i de 2 gvre

Apne servicelokket

1 Fjern 1 skrue fra servicelokket.

2 Trekk ut servicelokket horisontalt fra enheten.

a Servicelokkskrue
b  Servicelokk

6.2.3 Installere festeplaten

1 Installer festeplaten midlertidig.
2 Plasser festeplaten i vater.

3 Fullfer installeringen ved & fesgte festeplaten til veggen med
skruer.

4 Bruk maleband. Plasser enden av malebandet ved symbolet ">

INFORMASJON

Rerapningsdekselet kan oppbevares i lommen pa

knastene. festeplaten.
A a b ¢ a c a
N D=
Vs U
b 116.5
(D]
213
3 d
N D
=]
0 ! [to)
¥ AR
s NQRAR
h 9 l
! 50 70 ' 48
|
|
770 (mm)
B a b c a c a

295

44.5

(mm)

Klasse 20~35

Klasse 50~71

Anbefalte festepunkter for festeplate
Lomme til rerapningsdekselet

Knaster til plassering av vater
Gjennomgéaende hull i vegg @65 mm
Plassering av dreneringsslange
Posisjon for maleband ved symbolet ">"
Gassrgrende

Vaeskergrende

SQ@ w00 T WP>

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Installering

6.2.4 Slik monterer du innendgrsenheten

A LIVSFARE

Bruk et veggmontert rer og veggkledning i
giennomfgringshullet for vegger med metallramme eller
metallplater for & unngad mulig varme, elektrisk stat eller
brann.

MERKNAD

Sgrg for & tette apningene rundt rgrene med
tetningsmateriale (kjgpes lokalt) for & unnga vannlekkasje.

1 Bor et gjennomfgringshull pa 65 mm i veggen slik at det skraner
nedover mot utsiden.

2 Tree et veggrer gjennom hullet.

3 Sett veggkledning pa roret.
ab

8 EA

b a (mm)

4 |KKE glem & tette rgrhullet med kitt nar ledninger,
kislemediergr, ledninger og dreneringsrar er ferdig installert.

@ MERKNAD

= IKKE bay kjglemediumragrene.

= Kjglemediergrene ma IKKE trykkes hardt ned mot
bunnrammen eller frontristen.

5 Kapp rerapningsdekselet fra innsiden av frontristen med en
lgvsag.

6 Fjern skarpe kanter fra den utskarne delen med en halvrund
nalefil.

@ MERKNAD

IKKE bruk knipetang for & ta av rerapningsdekselet, da
dette vil skade frontristen.

7 Ta ut dreneringspluggen av dreneringsapningen og koble
dreneriingsslangen til apningen.

@ MERKNAD

Du ma IKKE pafgre smgreolje (kjglemedieolie) pa
dreneringspluggen nar den settes inn. Dreneringspluggen
kan svekkes og forarsake lekkasje fra pluggen.

0=

a 4 mm sekskantngkkel

8 Form kjglemediergrene langs den markerte regrbanen pa
festeplaten.

(-
'L% -/--I

Dreneringsslange

Tett dette hullet med kitt eller tetningsmateriale.
Vinylteip

Isoleringsteip

Festeplate (tilbehgr)

©OQ 0T O

9 Fgr dreneringsslangen og kjslemediergrene gjennom hullet i
veggen.

10 Sett innendgrsenheten pa festeplatens kroker. Bruk "A'-
merkene som veiledning.

11 Trekk inn sammenkoblingsledningen.
12 Koble til kjglemediergrene.

13 Pakk kiglemediergr, sammenkoblingsledning og
dreneringsslange sammen med isolasjonstape. La minst halve
bandbredden overlappe for hver omgang.

an/\_°

<. EE

Dreneringsslange

Sammenkoblingskabel

Festeplate (tilbehgr)

Kjolemediumrar

Festeskrue for innendgrsenhet M4x12L (tilbeher)
Bunnramme

AN

-0 Q0T QO
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6 Installering

14 Pase at sammenkoblingsledningen IKKE hektes fast i
innendgrsenheten.

15 Trykk pa innendgrsenhetens bunnramme med begge hender
slik at den festes ordentlig pa festeplatens kroker.

16 Fest innendaersenheten til festeplaten med 2 festeskruer for
innendgrsenhet M4x12L (tilbeher).

Veggmontert reropplegg

17 Feor inn dreneringsslangen i dreneringsrogret slik figuren viser
slik at den IKKE trekkes ut av dreneringsraret.

I

>50

-|.| mm

Koble til rer pa hayre side, hgyre side bak eller
hgyre side bunn

INFORMASJON

Rer pa heyre side er standard fra fabrikk. For rgropplegg i
venstre side ma rgret fiernes fra hgyre side og installeres
pa venstre side.

1 Fest dreneringsslangen til bunnen av kjslemedierarene med
vinylteip.

2 Surr dreneringsslangen og kjglemediergrene sammen med
isoleringsteip.

A Ror pa hgyre side

B Rer pa hayre side bunn

C Rar pa hayre side bak

a Fjern rgrapningsdekselet her for ror i hayre side.

b Fjern rgrapningsdekselet her for rer i heyre side i bunnen.

3 For dreneringsslangen og kjslemediergrene gjennom hullet i
veggen.

4 Sett innendersenheten pa festeplatens kroker. Bruk "A"-
merkene som veiledning.

a Festeplate (tilbehar)
b  Sammenkoblingskabel
¢ Ledningsfegring

5 Apne frontpanelet og deretter servicedekselet. Se "6.2.2 Slik
apner du innendgrsenheten” pa side 10.

6 Tree sammenkoblingsledningen fra utendgrsenheten gjennom
hullet i veggen, gjennom baksiden av innendgrsenheten og
gjennom forsiden. (Hvis sammenkoblingsledningen avisoleres
pa forhand, ma ledningsendene surres med isolasjonsteip.)

7 Bgy kabelenden opp.

8 Trykk pa innendgrsenhetens bunnramme med begge hender
slik at den festes pa festeplatens kroker. Pase at ledningene
IKKE kommer i klem noe sted.

Koble til rer pa venstre side, venstre side bak eller
venstre side bunn

INFORMASJON

Rer pa hoyre side er standard fra fabrikk. For rgropplegg i
venstre side ma roret fiernes fra hoyre side og installeres
pa venstre side.

1 Fjern festeskruen til isolasjonen pa hgyre side, og fiern
dreneringsslangen.

2 Fjern dreneringspluggen pa venstre side, og fest den pa heyre
side.

3 Forinn dreneringsslangen og ikke glem a stramme festeskruen;
ellers kan det oppsta lekkasje.

a Festeskrue til isolasjon
b Dreneringsslange

4 Fest dreneringsslangen til undersiden av kjglemediergrene med
vinylteip.

Rer pa venstre side

Rer pa venstre side bak

Rer pa venstre side bunn

Fjern rerapningsdekselet her for rer i venstre side.
Fjern rerapningsdekselet her for rer i venstre side i
bunnen.

oo OW>

6.2.5 Slik sikrer du dreneringen

Sgrg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig mate. Det betyr:
= Generelle retningslinjer
= Koble dreneringsrgret til innendgrsanlegget

= Se etter vannlekkasjer

Generelle retningslinjer

= Rerlengde. La dreneringsrarene vaere kortest mulig.

* Rerdimensjon. La rgrdimensjonen veere lik eller stgrre enn
tilkoblingsreret (vinylrer med nominell diameter pa 16 mm og ytre
diameter pa 18 mm).

©| XD

—

Q ®
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6 Installering

@ MERKNAD

= Monter dreneringsslangen med fall.
= Kneer er IKKE tillatt.

= IKKE la enden av slangen sta i vann.

= Dreneringsslangeforlengelse. Bruk slange @16 mm kjgpt pa
stedet for & forlenge dreneringsslangen. IKKE glem & bruke
varmeisoleringsrgr pa innendgrsdelen av skjgteslangen.

©
@i
a Dreneringsslange levert med innendgrsanlegget

b Varmeisoleringsrar (kjepes lokalt)
¢ Skjateslange for drenering

= Hard-PVC-rer. Hvis det kobles et hard-PVC-rgr (813 mm) direkte
til dreneringsslangen, skal det brukes en dreningsmuffe (@13 mm)
(kjopes lokalt).

a

a @© b c
1.5 , | , |
T — —

4
a Dreneringsslange levert med innendgrsanlegget

b @13 mm dreneringsmuffe (kjgpes lokalt)
¢ Hard-PVC-rer (kjgpes lokalt)

= Kondens. lverksett tiltak mot kondens. Isoler alle dreneringsrer i i
bygningen.

Se etter vannlekkasjer
1 Ta ut luftfiltrene.

2 Hell pa omtrent 1 | vann gradvis i dreneringssumpen, og se
etter vannlekkasijer.

I

6.2.6 Koble til tilbehgr (ledningstilkoblet
brukerkontroll, sentral brukerkontroll,
tradlgs adapter osv.)

1 Ta av dekselet til den elektriske koblingsboksen (se "Ta av
dekselet pa den elektriske koblingsboksen" pa side 10).

2 Fest tilkoblingsledningen til S21-kontakten, og trekk
kabelbunten som vist pa tegningen.

N —y

‘wmq

b S21 kabelbuntfgring for annet tilbehar
¢ S21-kontakt

3 Sett tilbake dekselet pa den elektriske koblingsboksen og trekk
ledningen rundt som vist pa tegningen over.

6.2.7 Installere tradlgs adapter
For klasse 20, 25, 35

1 Sett den tradlgse adapteren mot krokene.
Las fast adapteren ved a trykke den ned.

3 Nar du skal ta den av, felger du denne fremgangsmaten i
omvendt rekkefalge.

For klasse 50, 60, 71

Sett den tradlgse adapteren i holderen.
Fest adapteren i holderen ved a trykke den ned.

Nar den skal tas ut, bayer du ut en av klemmene med fingeren
slik at den tradlgse adapteren lgsnes og tar den ut av holderen.

Referanseguide for montarer

14

DAIKIN

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
4P513661-1 — 2017.10



6 Installering

6.2.8 Stille inn en annen adresse

Hvis 2 innendgrsenheter er installert i 1 rom, kan det stilles ulike
adresser for 2 brukergrensesnitt.

a Driftslampe
b Innendgrsenhet ON/OFF bryter

8 Trykk pa innendgrsenhetens ON/OFF-bryter mens driftslampen

1 Ta ut batteriene fra brukergrensesnittet. blinker.
2 Kutt adressestrappen. Strapp Adresse
Fabrikkinnstilling 1
a Etter & ha kuttet med 2
knipetang
S %gﬂ INFORMASJON
[ 1 [ Hvis du IKKE kan stille adressen mens driftslampen
blinker, skal du fglge denne fremgangsmaten pa nytt fra

a Adressestrapp

@ MERKNAD

Veer forsiktig sa du IKKE skader noen av delene rundt nar
du kutter adressestrappen.

3 Sla pa streammen.

Resultat: Klaffen pa innendgrsenheten apnes og lukkes til innstilt
referansestilling.

INFORMASJON

= For FTXF-A enheter MA fglgende innstilling fullfgres
innen 5 minutter etter at strammen er slatt pa.

= Hvis du IKKE fullfgrer innstillingen i tide, slar du av
strgmtilfgrselen og venter minst 1 minutt fer du skar pa
stremmen igjen.

4 Trykk samtidig pa:

begynnelsen.

9 Narinnstillingen er fullfgrt, trykk pa:

Modell Knapp

FTXP-L og ATXP-L Hold inne i ca. 5 sekunder.

FTXF-A

Modell Knapper

FTXP-L og ATXP-L (1ewe], %) g
FTXE-A , TEWR| og @U
5 Trykk pa:

Modell Knapp

FTXP-L og ATXP-L [rewe

FTXF-A

6 Velg:

Modell Symbol

FTXP-L og ATXP-L A

FTXF-A i

7 Trykk pa:

Modell Knapp

FTXP-L og ATXP-L

FTXF-A

Resultat: Brukergrensesnittet gar tilbake til forrige skjermbilde.

6.3 Koble til kjglersgropplegget

6.3.1 Om tilkobling av kjglemediergrene

For tilkobling av kjslemediergrene
Kontroller at utendgrsanlegget og innendgrsanlegget er montert.
Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av kjglemediergrene omfatter fglgende:
= Koble kjglemediergret til innendgrsanlegget
= Koble kjglemediergret til utendarsanlegget
= Isolere kjglemedieragrene
= Husk pa retningslinjene for fglgende:
= Rarbaying
= Koning av rgrender

= Bruk av avstengingsventilene

6.3.2 Forholdsregler ved tilkobling av
kjglemedierer

INFORMASJON
Les ogsa om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
= Generelle sikkerhetshensyn

= Forberedelse

FARE: BRENNSKADER

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
4P513661-1 - 2017.10
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6 Installering

LIVSFARE
= IKKE bruk mineralolje pa den konede delen.

= For & garantere dette R32-anleggets levetid ma det
aldri installeres en tgrker. Tgrkematerialet kan lgse seg
opp og skade systemet.

A LIVSFARE

= Bruk den koniske mutteren som er festet il
hovedanlegget.

= Pafer kjolemedieolje kun pa konens innside for a
forhindre gasslekkasje. Bruk kjglemedie olje til R32.

= IKKE bruk forbindelser om igjen.

= Bruk ALLTID en fastngkkel og momentngkkel sammen for &
stramme til den koniske mutteren nar du kobler til rgr. Dette gjor
du for a forhindre sprekker og lekkasjer i mutteren.

MERKNAD

Ta folgende forholdsregler for kjglemediergr:

= Unnga at noe annet enn det spesifiserte kjolemediet
blir blandet inn i kjslemediesyklusen (f.eks. luft).

= Bruk bare R32 nar du tilferer kjglemedium.

= Bruk bare installasjonsverktgy (for eksempel
manifoldmalersett) som bare brukes pa R32-
installasjoner for a sta imot trykket og forhindre at det
kommer fremmedlegemer (for eksempel mineraloljer og
fukt) inn i systemet.

= Installer reropplegget slik at koningen IKKE utsettes for
mekanisk belastning.

= Beskytt rarene som beskrevet i tabellen nedenfor for &
forhindre at det kommer inn smuss, fuktighet eller stov i
rerene.

= Veer forsiktig nar du fgrer kobberrgr gjennom veggene
(se figuren nedenfor).

X & X

Enhet Monteringsperiode |Beskyttelsesmetode
Utendgrsenhet >1 maned Klem roret
<1 maned Klem eller bruk tape
Innendgrsenhet Uavhengig av periode |P4 roret

. INFORMASJON

IKKE apne kjglemiddelets avstengningsventil fer du
kontrollerer kjglemiddelets rgropplegg. Nar du ma etterfylle
kiglemiddel, anbefales det & apne kjglemiddelets
avstengningsventil etter pafylling.

6.3.3 Retningslinjer ved tilkobling av
kjolemediergr
Ta felgende forholdsregler nar du kobler til ror:

= Bestryk innsiden av koningen med eterolje eller esterolje nar du
setter pa en konisk mutter. Trekk til 3 eller 4 omdreininger for
hand fer du strammer til endelig.

— \
SR
|
/

a Momentngkkel
b Fastngkkel
¢ Rarkobling
d Konisk mutter
Rerdimensjon | Tiltrekkingsmo | Konedimensjo |Form pa konen
(mm) ment (N°m) ner (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 o2
5op
29,5 33~39 12,8~13,2 Aoy
@12,7 50~60 16,2~16,6 (\R =04-08
15,9 63~75 19,3~19,7 )

6.3.4 Retningslinjer for rerbeying

Bruk en rgrbgyer til bgyingen. Alle rerbgyer ma veere skje sa
varsomt som mulig (bgyeradiusen begr veaere 30 til 40 mm eller
starre).

6.3.5 Slik lager du bul pa rerenden

LIVSFARE

= Ufullstendig konus kan forarsake lekkasje av
kjolemediegass.

= Du ma IKKE bruke koner pa nytt. Bruk nye koner for &
unnga lekkasje av kjglemediegass.

= Bruk koniske muttere som fglger med anlegget. Bruk
av andre koniske muttere kan forarsake lekkasje av
kjglemediegass.

1 Kutt rarenden med rarkutter.

2 Fjern skarpe kanter med kutteflaten vendt nedover slik at det
IKKE kommer spon inn i rgret.

I

a—" b

a Kutt ngyaktig i rett vinkel.
b Fjern skarpe kanter.

3 Fjern den koniske mutteren fra avstengingsventilen og sett den
koniske mutteren pa raret.

4 Kon roret. Plasser i ngyaktig den posisjonen som vises pa
felgende figur.

_—

Koneverktoy for Vanlig koneverktay
R32 (gripetype) Gripetype Vingemuttertype
(Ridgid-type) (Imperial-type)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontroller at konen er ordentlig utfart.

=
a—=—
= Bruk ALLTID 2 ngkler sammen nar du skal lgsne en konisk
mutter.
7 — C
Referanseguide for montgrer DAIKIN (A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B

16

Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
4P513661-1 — 2017.10



6 Installering

a Koningens innvendige overflate MA vaere helt glatt.
b Rerenden MA vaere jevnt konet i en perfekt sirkel.
¢ Serg for at den koniske mutteren er montert.

6.3.6 Koble kjolemediergrene til
innendgrsanlegget
= Rorlengde. La kjglemediergrene veere kortest mulig.

= Koniske tilkoblinger. Koble kjglemedierar til anlegget med
koniske tilkoblinger.

= Isolasjon. Slik isolerer du kjglemedierar, sammenkoblingsledning
og dreneringsslange pa innendgrsenheten:

Gassror

Isolasjon for gassrer
Sammenkoblingskabel
Vaeskerar

Isolasjon for vaeskergr
Tape
Dreneringsslange

Q L0 Q0T®

@ MERKNAD

Serg for a isolere alle kjglemediergr. Eventuelle blottlagte
rer kan forarsake kondens.

6.4 Koble til det elektriske
ledningsopplegget

6.4.1 Om tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget

Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av de elektriske ledningene bestar vanligvis av felgende
trinn:

1 Kontroller at systemets stromtilfersel samsvarer med de
elektriske spesifikasjonene for anleggene.

2 Koble de elektriske ledningene til utendgrsanlegget.
3 Koble de elektriske ledningene til innendgrsanlegget.
4 Koble til hovedstrgmforsyningen.

6.4.2 Forholdsregler ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

INFORMASJON

Les ogsa om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

= Generelle sikkerhetshensyn

= Forberedelse

FARE: ELEKTRISK ST@T
A

ADVARSEL
Bruk ALLTID multikjernekabler til stremforsyning.

A ADVARSEL

IKKE koble stremledningen til innendgrsenheten. Det kan
fore til elektrisk stet eller brann.

A ADVARSEL

= Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjgpt lokalt,
inne i produktet.

= Strogmtilfarselen til dreneringspumpen osv. ma IKKE
forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan fare til elektrisk
stet eller brann.

A ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrgr
uten varmeisolering, da slike rar vil veere svaert varme.

6.4.3 Retningslinjer ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

Ta hensyn til falgende:

= Hvis ledninger med flertradet leder brukes, monterer du en rund
terminal av krimpetypen pa enden av ledningen. Passer den
runde terminalen av krimpetype pa ledningen opp til den
tildekkede delen, og fest terminalen med et passende verktoy.

b a

a Flertradet leder
b Rund kabelsko

= Bruk fglgende metoder til & montere ledninger:

Ledningstype Fremgangsmate for a installere

Enlederledning cb
J AR
tA @ |_A%t C_@
—a a

a Buktet énlederledning
b Skrue

c Flat skive

Ledning med
flertradet leder og
rund terminal av
krimpetype

a Kontakt

b Skrue

c Flat skive
O Tillatt

X IKKE tillatt

Tiltrekkingsmomenter

Artikkel Tiltrekkingsmoment (N*m)

M4 (X1M) 1,2~1,5
A ADVARSEL M4 (jord)
Hvis stremledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for & unnga farlige situasjoner.
(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Referanseguide for montgrer
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7 lgangsetting

6.4.4 Spesifikasjoner for standard
ledningsoppleggkomponenter

Komponent

Sammenkoblingskabel 4-kjernet kabel 21,5 mm?

for 220~240 V

(innendgrs—utenders)

6.4.5 Koble det elektriske ledningsopplegget til
innendgrsanlegget

Elektrisk arbeid skal utfgres i overensstemmelse med
installeringshandboken samt gjeldende regler og bestemmelser for
elektrisk arbeid.

Det er viktig & holde stremtilfarselen og overfgringsledningene
atskilt. Avstanden mellom hver av ledningene skal ALLTID veere
minst 50 mm for & unnga elektrisk stay.

MERKNAD

Pass pa & holde stremledningen og overfgringsledningen
fra hverandre. Overfgringsledninger og
stremtilferselsledninger kan krysse hverandre, men de skal
IKKE ga parallelt.

A ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for a forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, reyk eller brann.

el

1 2®3 @
0

- ——
jmweas i Elefe)

| ?V_
ja» ]

@,

Q

1
§

a Rekkeklemme
b  Elektrisk komponentblokk
¢ Ledningsklemme

1 Avisoler ledningsendene ca. 15 mm.

2 Tilpass ledningsfargene etter kontaktnumrene pa
innendgrsenhetens rekkeklemmer, og skru ledningene godt fast
i tilsvarende koblingspunkt.

Koble jordledningene til tilsvarende kontakter.

4 Trekk i ledningene for & kontrollere at de sitter ordentlig fast, og
fest ledningene med ledningsklemmen.

5 Form ledningene slik at servicelokket sitter ordentlig, og lukk
deretter servicelokket.

6 Festledningene ordentlig med kontaktskruene.

i

@wn =

7 Igangsetting

71 Oversikt: igangsetting

Dette kapitlet beskriver hva du mé gjere og vite for & ferdigstille
systemet etter at det er installert.

Typisk arbeidsflyt

Igangsetting bestar vanligvis av fglgende trinn:
1 Ga gjennom "sjekkliste for ferdigstilling".
2 Utfare en testkjering av systemet.

7.2 Sjekkliste for ferdigstilling

IKKE kjgr systemet for fglgende sjekker er funnet i orden:

(] Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i
referanseguiden for installateren.

Innendgrsanleggene er riktig montert.

L]
O] Utendersenheten er riktig montert.
Luftinntak/-utlg|

] p

Kontroller at luftinntaket og -utlgpet til anlegget IKKE er
tilstoppet av papirark, papp eller annet materiale.

Det er INGEN manglende faser eller motfaser.

[l

Kjolemiddelrer (gass og veeske) er termisk isolert.

Ll

(] Drenering
Pass pa at det er jevn flyt i dreneringen.

Mulige konsekvens: Det kan dryppe kondensvann.

Systemet er riktig jordet, og jordingsklemmene er
tilstrammet.

(]

Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er i
samsvar med dette dokumentet, og er IKKE forsgkt
omgatt.

[l

Stremforsyningsspenningen stemmer overens med
spenningen pa enhetens identifikasjonsmerke.

De spesifiserte ledningene brukes til

sammenkoplingskabelen.

Innendgrsenheten mottar
brukergrensesnittet.

signalene fra

Det finnes INGEN Ilgse forbindelser celler defekte
elektriske komponenter i bryterboksen.

Isolasjonsmotstanden til kompressoren er OK.

EEE NN NN

Det finnes INGEN defekte
sammenklemte ror inne i
utendgrsenheten.

Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.

komponenter eller
innendars- og

(]

Riktig rersterrelse er installert, og rerene er godt isolert.

(]

] Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og vaeske) er
helt apne.

7.3 Slik utferer du prevekjeringen

Forutsetning: Strgmtilfgrselen MA veere innenfor det angitte
omradet.

Forutsetning: Prgvekjoring kan gjennomferes i Kkjole- eller
varmemodus.

Forutsetning: Prgvekjering skal utferes i henhold il
brukerhandboken for innendgrsenheten for & sikre at alle funksjoner
og deler fungerer som de skal.

1 Velg laveste temperatur som kan programmeres i kjglemodus.
Velg hoyeste temperatur som kan programmeres i
varmemodus. Prgvekjgring kan deaktiveres ved behov.

2 Still temperaturen pa et normalt niva nar prevekjgring er fullfert.
| kjglemodus: 26~28°C, i varmemodus: 20~24°C.
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8 Overlevering til brukeren

3 Systemet stanser 3 minutter etter at enheten er slatt AV.

7.3.1 Provekjering i vinterhalvart

Hvis enheten skal kjgres i kjslemodus om vinteren, velger man
pravekjgring slik:

For FTXP-L- og ATXP-L-enheter
( ~ ] TEMP
1 Trykk samtidig pa | TEMP|, M og .
A
Trykk pa [TEMP/.

2

3 Velg .

4 Trykk pa .

5 Trykk pa eIIer for & sla pa enheten.

Resultat: Provekjgringen stanser automatisk etter ca.
30 minutter.

6 For a stanse provekjgring, trykk pa .

For FTXF-A-enheter

7 Trykk pa for a sla pa enheten.

[ ~ ] TEMP
8 Trykk midt pa | TEMP|, M og samtidig.
9 Trykk to ganger pa .

Resultat: Displayet viser 7 . Pravekjgring er valgt.
Resultat: Prgvekjgringen stanser automatisk etter ca. 30 minutter.

10 For & stanse pravekjering, trykk pa .

INFORMASJON

Noen av  funksjonene kan IKKE brukes i
pravekjgringsmodus.

Hvis det forekommer strembrudd under drift, vil systemet automatisk
starte opp igjen straks strammen kommer tilbake.

8 Overlevering til brukeren

Sa snart testkjeringen er ferdig og enheten fungerer som den skal,
ma du serge for at brukeren har fglgende klart for seg:

= Sorg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be ham/
henne om a oppbevare den for fremtidige referanseformal.
Informer brukeren at han kan finne den fullstendige
dokumentasjonen pa URLen beskrevet tidligere i denne
manualen.

= Forklar brukeren hvordan systemet opereres, og hva som ma
gjeres hvis det oppstar problemer.

= Forklar brukeren hva som ma utferes i tilknytning til vedlikehold av
enheten.

9 Kassering

Enheten MA demonteres, og kjglemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hand om i samsvar med gjeldende lovgivning.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
4P513661-1 - 2017.10
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10 Tekniske data

10 Tekniske data

Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle). Det komplette settet med de
nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

10.1  Koblingsskjema

Tegnforklaring til samordnet koblingsskjema

Se etiketten for koblingsskjemaet som falger med enheten for gjeldende deler og nummerering. Nummerering av deler er gjort med arabiske tall i stigende rekkefalge

for hver del, og er representert i oversikten nedenfor ved ™" i delekoden.
a KRETSBRYTER D VERNEJORDING
—0— TILKOBLING @ VERNEJORDING (SKRUE)
= , D» KONTAKT @ LIKERETTER
L JORD —-—)— RELEKONTAKT
s i B == LOKALT LEDNINGSOPPLEGG @ KORTSLUTNINGSKONTAKT
+—3 SIKRING —OO— TERMINAL
@_ INNEND@RSENHET [T 1] REKKEKLEMME
INDOOR
-_ﬁ UTEND@RSENHET o e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SVART GRN : GRONN PNK : ROSA WHT HVIT
BLU : BLA GRY : GRA PRPPPL : FIOLETT ay GUL
BRN : BRUN ORG : ORANSJE RED : R@D
AP KRETSKORT PS SVITSJET STROMTILFORSEL
BS* TRYKKNAPP PA/AV, DRIFTSBRYTER pTC* TERMISTOR PTC
BZ H'O SUMMER oy ISOLERT PORT PA TOPOLET TRANSISTOR (IGBT)
c KONDENSATOR QDI JORDFEILBRYTER
AC*, CN¥, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, TILKOBLING, KONTAKT QL OVERBELASTNINGSBESKYTTER
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, XA, K*R_*
D% V'D DIODE am TERMOBRYTER
DB DIODEBRO R* RESISTOR
DS* DIP-BRYTER RT TERMISTOR
E*H VARMEELEMENT RC MOTTAKER
F*U, FU* (SE KRETSKORT INNI SIKRING s'C GRENSEBRYTER
ENHETEN FOR EGENSKAPER)
FG* KONTAKT (RAMMEJORDING) S FLYTBRYTER
H* LEDNINGSNETT S*NPH TRYKKSENSOR (H@Y)
H*P, LED*, V'L PILOTLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE S'NPL TRYKKSENSOR (LAV)
HAP LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GRONN) - S*PH, HPS* TRYKKBRYTER (H2Y)
H@YSPENNING H@YSPENNING S*PL TRYKKBRYTER (LAV)
IES INTELLIGENT @YE-SENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT STRGMMODUL SHW, SW+ DRIFTSBRYTER
KR, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETISK RELE SA*F1S OVERSPENNINGSAVLEDER
L STROMFORENDE SR, WLU SIGNALMOTTAKER
L SPOLE ss* VELGERBRYTER
L'R REAKTOR SHEET METAL REKKEKLEMMENS FESTEPLATE
M* STEPPERMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SENDER
MF VIFTEMOTOR VRV VARISTOR
MP LENSEPUMPEMOTOR VR DIODEBRO
MS SVINGMOTOR WRC TRADL@S FJERNKONTROLL
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISK RELE X+ TERMINAL
N NOYTRAL XM REKKEKLEMME (BLOKK)
n=* N=* ANTALL GJENNOMGANGER GJENNOM FERRITTKJERNEN Y*E ELEKTRONISK EKSPANSJONSVENTILCOIL
PAM PULSAMPLITUDEMODULASJON YR Y'S REVERSERENDE SOLENOIDVENTILCOIL
PCB* KRETSKORT zc FERRITTKJERNE
PM* STREMMODUL ZF,Z°F STOYFILTER
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Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autorisert monter
Teknisk kyndig person som er kvalifisert til @ montere
produktet.

Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utfgre eller koordinere ngdvendig
service pa enheten.

Installeringshandbok
Instruksjonshandbok for et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

Driftshandbok
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomréde. Forklarer bruken.

Vedlikeholdsanvisninger
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer,
konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.

Tilbehor
Etiketter, handbgker, informasjonsark og utstyr som falger
med produktet og som ma installeres i henhold il
instruksjonene i den medfalgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfglgende dokumentasjonen.

Kjopes lokalt
Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfelgende dokumentasjonen.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN
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