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1 Genel glivenlik onlemleri

Sembol

A

1.2 Montor igin

Aciklama

Daha fazla bilgi igin montajci ve kullanici referans
kilavuzuna bakin.

1.2.1 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi ve calistiriimasi gerektigi konusunda
emin DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

@ BILDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan dUretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek pargalari
kullanin.

A UYARI

Montaj, test ve wuygulama malzemelerinin (Daikin
kilavuzlarinda acgiklanan talimatlardan oncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.

A DIKKAT

Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gercgeklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

A UYARI

Ozellikle gocuklarin  oynamasini  engellemek igin,
ambalajdan cikan naylon torbalari pargalayarak ¢cope atin.
Olasi risk: bogulma.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

= Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra
sogutucu akiskan borularina, su borularina ve dahili
pargalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu parcalar gok
sicak veya ¢ok soguk olabilir. Normal oda sicakligina
donmesi  icin  bekleyin. Mutlaka  dokunmaniz
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini énlemek icin gerekli énlemleri alin. Kiicik
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

A DIKKAT

Unitenin hava girisine veya aliiminyum kanatlarina
KESINLIKLE dokunmayin.

BiLDIRIM
= Unitenin iizerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin (izerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

BiLDIRIM
Su girisinin énlenmesi icin, dis Unitedeki calismalarin kuru
hava kosullarinda gerceklestiriimesi daha uygundur.

iIgiIi mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalari, test
sonuglari, bekleme sireleri, ... hakkinda bilgiler iceren bir kayit
defterinin Grlnle birlikte tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagdida siralanan bilgiler mutlaka Grinun
kolayca erigilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri

= llgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon
numaralari

Avrupa igin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda
belirtilmistir.

1.2.2 Montaj sahasi

« Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu igin yeterli bosluk
birakin.

= Montaj sahasinin  Unitenin
dayanabileceginden emin olun.

agirhgina  ve titresimlerine

= Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini
engellemeyin.

» Unitenin diiz durdugundan emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulundugu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazin arizalanmasina yol agabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kagaklari, karbon
fiberi, tutusabilir tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

= Korozif gazlarin (6rnek: silfirik asit gazi) bulundugu ortamlar.
Bakir borularin veya lehimlenmis pargalarin korozyonu sogutucu
akiskan kacaklarina neden olabilir.

= Banyolarda.

R32 sogutucu kullanan ekipmanlar igin talimatlar
Uygunsa.

UYARI
= DELMEYIN veya YAKMAYIN.

= Buz ¢ozme islemini hizlandirmak veya ekipmani
temizlemek icin Uretici tarafindan onerilenler diginda
yontemler KULLANMAYIN.

» R32 sogutucunun KOKUSUZ olduguna dikkat edin.

A UYARI

Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve
surekli calisan atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli 1sitici)
bulunmadigi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda
buyUkligu asagida belirtildigi gibi olmalidir.

@ BiLDIRIM
= Daha 6nce kullaniimis olan baglantilari tekrar
KULLANMAYIN.

» Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda
yapilan baglantilar bakim amaciyla erigilebilir olmalidir.

A UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim iglemlerinin Daikin
talimatlarina ve ilgili mevzuata (6rnegin ulusal gaz
yonetmeligi) uydugundan ve sadece yetkili kiisiler
tarafindan yapildigindan emin olun.
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1 Genel glivenlik dnlemleri

Montaj alani gereksinimleri A, (m?)
550
BILDIRIM 530540
520 7
= Boru tesisatl fiziksel hasarlardan korunacaktir. 50
500
= Boru tesisati asgari diizeyde tutulacaktir. 00 /
470
A UYARI 150" /
440
Cihazlar R32 sogutucu igeriyorsa, cihazlarin igcinde monte 430420 /
edildigi, calistinldigi ve depolandigi odanin zemin alani 40 <
= : . : ) 400 §
asagidaki tabloda tanimlanan minimum zemin alani A'dan 390 ~
(m?) biiyiik OLMALIDIR. Bu durum sunlara uygulanir: 700 ‘c‘?/
. = . s o 360 =
Sogutucu kacak sensoéri olmayan i¢ Uniteler; sogutucu 350 &
kacak sensori bulunan i¢c Uniteler igin montaj 330340 L
kilavuzuna basvurun 02
. L . 300
= Kapall mekana monte edilen dis uniteler (6rn. kis 290
bahgesi, garaj, makine odasi) mzso
260
= Havalandiriimayan hacimlerde bulunan boru tesisati 250240
230
Minimum zemin alanini belirlemek igin 210220
. . o . S ) . 200
1 Sistemdeki toplam sogutucu sarjini belirleyin (= fabrikadaki 190
sogutucu sarjl @ + @ sarj edilen ilave sogutucu miktart). 0.2
160
M Contains fluorinated greenhouse gases 150140
= 130
R32 0—| |k9 120
GWP: xxx 110
[ —— 80
2 o 0 i
r. 0+0= kg o : Sunted 0N
& ,_l % = tCO,eq ® 40 \13/\/ L
i e r'\\\/r\g—mounted unt
2 Hangi grafik veya tablonun kullanilacagini belirleyin. 0 el 18 22 26| 3 | aalas |42 46| 5 | 54158 627‘ 657 170178
= ¢ uniteler icin: Unite tavana monteli, duvara monteli yoksa 1218 24 28 32 36 4 44 48 52 64 68 72 7.?('7.956
doseme tipi mi? m (kg)
= I mekanda kurulan veya depolanan dis Uniteler ve Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
havalandiriimayan hacimlerde bulunan saha borulari igin bu unit@ unit® unit©
durum montaj ylksekligine baglidir: m (kg)—A_,_(m?) m (kg)—A_, (m?) m (kg)—A _, (m?)
Eger montaj yiiksekligi ... ise |Bu durumda ... igin olan grafik <1§§270_956 <1§§‘51 71_43 <1§§‘5‘71_2 o
veya tablo kullanilir e oy e s
14—1.25 1.4—1.87 1.4—16.8
<1,8m Doseme tipi Uniteler 16—1.63 1.6—2.44 1.6——22.0
1,85x<2,2m Duvara monteli Giniteler ;g:;g; ;g:gg? ;g:gzg
222m Tavana monteli Uniteler 2.2—3.09 22—461 22—415
24—3.68 24—549 24——494
3  Minimum zemin alanini belirlemek igin grafik veya tabloyu 26—4.31 26—6.44 2.6——58.0
kullanin. 2.8——5.00 28—7.47 2.8—67.3
3.0—5.74 3.0—8.58 3.0—77.2
3.2—6.54 32—9.76 3.2—87.9
34—7.38 34—11.0 34—99.2
3.6 —8.27 3.6—124 3.6——111
3.8——9.22 3.8——13.8 3.8——124
4.0—10.2 40—153 40—137
42—113 42—16.8 42—151
44—124 44—185 4.4—166
46——13.5 4.6——20.2 46—182
48 —14.7 48——22.0 4.8——198
5.0—16.0 5.0—23.8 5.0—215
52—17.3 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4——250
5.6 ——20.0 5.6——29.9 5.6——269
58—215 5.8——32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2—331 7.2——49.4 7.2——445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m  Sistemdeki toplam sogutucu sarji
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN (A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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1 Genel glivenlik onlemleri

1.2.3

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna

A.in Minimum zemin alani
(a) Ceiling-mounted unit (= Tavana monteli tnite)
(b) Wall-mounted unit (= Duvara monteli Gnite)
(c) Floor-standing unit (= Déseme tipi tnite)

Sogutucu akigkan

veya montér basvuru kilavuzuna bakin.

o

BILDIRIM
Sogutucu akiskan boru montajinin ilgili mevzuata uygun

oldugundan emin olun. Avrupa'daki ilgili standart EN378
sayili standarttir.

1]

BILDIRIM
Saha borularinin  ve baglantilarinin
KALMADIGINDAN emin olun.

gerilime maruz

A

UYARI

Testler sirasinda  Griini  KESINLIKLE  ({initelerin
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum basincin
Uzerinde bir degerde basinglandirmayin.

UYARI

Sogutucu akiskan kacaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin.

Sogutucu gaz kagadi meydana gelirse, ortami iyice

havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akiskan
konsantrasyonlarinin asiri  ylksek olmasi, oksijen

yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gazin atesle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz aciga cikabilir.

TEHLIKE: PATLAMA RISKi

Gaz toplama - Sogutucu kagagi. Sistemin gazini
toplamak istiyorsaniz ve sogutucu devresinde kagak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucuyu dis Unitede toplayabilen
Unitenin  otomatik gaz toplama fonksiyonunu
KULLANMAYIN. Olasi sonug: Calisan kompresorin
icine giden hava yizinden kendiliginden yanma ve
kompresoriin patlamasi.

= Unitenin kompresoriiniin calismak zorunda
KALMAYACAGI ayri bir geri kazanma sistemi kullanin.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE
dogrudan atmosfere salinmasina izin vermeyin. Kurulumu
bosaltmak icin bir vakum pompasi kullanin.

BILDIRIM
Tum borular baglandiktan sonra, gaz kacagi olmadigindan
emin olun. Gaz kagagi kontrolu icin nitrojen kullanin.

BILDIRIM
= Kompresoérin bozulmasini 6nlemek igin, belirlenmis

miktardan fazla sogutucu sarj ETMEYIN.

= Sogutucu sisteminin agilmasi gerektiginde, sogutucu
ilgili mevzuata gére islem GORMELIDIR.

A

UYARI
Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu
ancak kagak testi ve vakumlu kurutma islemi

gerceklestirildikten sonra yiklenebilir.

= Yeniden sarj edilmesi gerekiyorsa, Unite (izerindeki etikete bakin.

Etikette sogutucu akiskan tipi ve gerekli miktari yazihdir.

= Unite, fabrikada sogutucu akiskanla doldurulur, ancak boru

gaplarina ve uzunluklarina bagl olarak bazi

Unitelere ilave

sogutucu akiskan doldurulmasi gerekebilir.

= Yalnizca sistemde kullanilan sodutucu akiskan tipine 6zel aletler
kullanin; bdylece basing direncini saglar ve sisteme yabanci
madde girigini dnlersiniz.

= Sivi sogutucu akigkani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan,

Bir sifon tipu mevcuttur

(6rn., “Sivi doldurma sifonu takili”
isareti tasiyan tip)

Tup bas yukari konumdayken

sarj edin.

Bir sifon tiipii mevcut DEGILDIR

Tup bas asagi konumdayken sarj

edin.

= Sogutucu akiskan tiplerini yavasca agin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi,
normal galismayi engelleyebilir.

A

DIKKAT

Sogutucu ylUkleme proseduri yerine getirildiginde veya ara
verildiginde, sogutucu tlpinin vanasini hemen kapatin.
Vana derhal KAPATILMAZSA, kalan basing ilave sogutucu
sarj edebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu miktari.

1.2.4

Tuzlu Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

A

UYARI

Tuzlu su secimi MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak
yapiimalidir.

A

UYARI

Tuzlu su kacgaklarina kargi gerekli 6nlemleri alin. Tuzlu su
kacagi durumunda alani derhal havalandirin ve saticiniza
danisin.

A

UYARI

Unite igerisindeki ortam sicakhdi, érn. 70°C gibi oda
icerisindeki sicakliktan ¢cok daha yiiksek olabilir. Tuzlu su
kacagi olmasi durumunda, Unite igerisindeki sicak pargalar
tehlikeli durumlar ortaya cikartabilir.

A

UYARI

Uygulamanin  kullanimi  ve montaj MUTLAKA ilgili
mevzuatta guvenlik ve cevre ile ilgili olarak belirtilen
onlemler dikkate alinarak gergeklestirilmelidir.

1.2.5

Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi igin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

®

BILDIRIM
Su kalitesinin 98/83 EC sayili
oldugundan emin olun.

AB direktifine uygun

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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2 Dokiimanlar hakkinda

1.2.6

Elektrik

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

= Anahtar kutusu kapagini c¢ikartmadan, herhangi bir
elektrik kablosunu baglamadan veya elektrikli parcalara
temas etmeden Once tim gu¢ beslemelerini KAPALI
konuma getirin.

= Servis islemine baslamadan 6nce, glg¢ beslemesini
1 dakikadan daha uzun bir sire kesin ve ana devre
kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki  gerilimi  6lcin.  Elektrikli  bilesenlere
dokunulabilmesi icin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin  altinda olmasi gerekir. Terminallerin
konumlari icin, kablo semasina bakin.

= Elleriniz 1slakken, KESINLIKLE elektrikli bilesenlere
dokunmayin.

= Servis kapag agik konumdayken, KESINLIKLE

Unitenin basindan ayriimayin.

A UYARI

Fabrikada monte EDILMEMIS ise, asiri gerilim kategori 1|
kosulunda baglantiyi tam kesen tim kutuplarda kontak
ayirma Ozelligine sahip bir ana anahtar veya baska bir
baglanti kesme vasitasi sabit kablo tesisatina monte
EDILMELIDIR.

A UYARI

YALNIZCA bakir teller kullanin.

= Saha kablo tesisatinin ilgili
oldugundan emin olun.

= Tum saha kablolari MUTLAKA Urunle verilen kablo
semalarina uygun olarak baglanmalidir.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin,
borulara ve keskin kenarlara temas ETMEDIGINDEN
emin olun. Terminal baglantilarina disaridan baski
uygulanmadigindan emin olun.

mevzuata uygun

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun.
Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin.
Topraklamanin yetersiz yapilmasi elektrik carpmasina
yol acabilir.

= Ozel olarak ayrilmis bir gii¢ devresinin kullanildigindan
emin olun. Baska bir cihazla paylasilan bir glg¢
beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan
emin olun.

= Bir toprak kagagi kesicisinin takildigindan emin olun.
Aksi takdirde, elektrik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

= Topraklama kacagi koruyucu monte edilecekse,
topraklama kacadi koruyucusunun gereksiz yere
acllmasini 6nlemek icin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (yuksek frekansli elektrik karisimina dayanikli)
oldugundan emin olun.

®

BILDIRIM

Glgc kablolari désenirken alinmasi gereken dnlemler:
VN VN
( J (] won @

= Gu¢ terminal bloguna farkh kalinliktaki kablolar
BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki gevseklikler anormal
Isinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinhktaki kablolari baglarken, yukaridaki sekilde
gOsterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gti¢ kablolarini kullanin ve bu
kablolari saglam sekilde baglayin ve ardindan terminal
kartina harici basing uygulanmasini 6nlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak icin uygun bir tornavida
kullanin. Kuguk bash bir tornavida, vida basina zarar
verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalar asin sikilirsa kirlabilir.

UYARI

= Elektrik igleri tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli
bilesenin ve elektrikli bilesen kutusu igindeki terminalin
saglam sekilde baglandigini onaylayin.

= Uniteyi calistrmadan  6nce  tim

kapatildigindan emin olun.

kapaklarin

0

BILDIRIM
Yalnizca gu¢ kaynaginin trifaze olmasi ve kompresérde bir

ACIK/KAPALI baglangi¢ yonteminin bulunmasi durumunda
gecerlidir.

Uriin calisirken anlik bir kesintinin veya giiciin gidip
gelmesinin ardindan ters fazin devreye girmesi ihtimali
varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriiniin ters fazda cgalistiriimasi, kompresére ve diger
pargalara zarar verebilir.

2.1

Dokumanlar hakkinda

Bu dokiiman hakkinda

BILGI

Kullanicinin ilgili dokimanlarin ¢iktisini aldigindan emin
olun ve kullanicidan bu dokimanlari daha sonra
basvurmak Uzere saklamasini isteyin.

Hedef okuyucu

Yetkili montorler

BILGI
Bu cihaz magdazalarda, hafif endistriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan

veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokUmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:

= Montajdan 6nce okumaniz GEREKEN guvenlik talimatlari

= Format: Basih (i¢ Unite kutusundan gikar)

Montér bagvuru kilavuzu
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3 Kutu hakkinda

= [g Ginite montaj kilavuzu:
= Montaj talimatlari
= Format: Basil (i¢ Gnite kutusundan cikar)
= Montor bagvuru kilavuzu:
= Montaj hazirhgu, iyi uygulamalar, referans verileri,...

= Format: Dijital dosyalarin  bulundugu adres http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Urtinle verilen dokiimanlarin giincel stiriimlerine bolgesel Daikin web
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden cevrilmistir.
Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

2.2 Bir bakista montér bagvuru
kilavuzu

Bolim Aciklama

Montajdan énce okumaniz GEREKEN
guvenlik talimatlari

Genel glvenlik dnlemleri

Dokimanlar hakkinda
Kutu hakkinda

Montér igin hangi dokiimanlar mevcut

Unitelerin ambalaji nasil agilir ve
aksesuarlari nasil gikarihr

Unite hakkinda = Uniteler nasil tanimlanir

= Calisma sahasi

Hazirhk Montaj yerine gitmeden 6nce yapiimasi
ve bilinmesi gerekenler
Montaj Sistemin montaji igin yapilmasi ve

bilinmesi gerekenler

Yapilandirildiktan sonra sistemi
isletmeye almak icin yapilmasi ve
bilinmesi gerekenler

Devreye alma

Kullaniciya teslim Kullaniciya verilmesi ve aciklanmasi

gerekenler
Bertaraf Sistem nasil bertaraf edilir
Teknik veriler Sistemin belirtimleri
So6zlik Terimlerin tanimi

3 Kutu hakkinda

341 Genel bilgi: Kutu hakkinda

Bu bdélimde i¢ Unitenin icerisinde bulundugu kutunun sahada teslim
edilmesinden sonra yapilmasi gerekenler aciklanmigtir.

Sunlar hakkinda bilgi icerir:

= Unitelerin ambalajinin agiimasi ve taginmasi

= Unitelerden aksesuarlarin gikariimasi

Asagidakileri akilda tutun:

= Teslim alindiginda Unitede hasar olup olmadigi KONTROL
EDILMELIDIR. Tespit edilen hasarlar derhal nakliye sirketi
yetkilisine RAPOR EDILMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mumkin
oldugunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajindan
cikarmayin.

= Uniteyi tasirken asagidakileri dikkate alin:
m Kolay kirilir, Gniteyi dikkatli tastyin.

Hasara meydan vermemek icin Uniteyi dik tutun.

« Uniteyi igeriye getirirken izlemek istediginiz yolu 6nceden
hazirlayin.

3.2 g iinite

BILGI

Asagidaki sekiller sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

3.21 i¢ liniteyi ambalajindan gikarmak igin

3.2.2 i¢ liniteden aksesuarlari gikarmak igin

a Montaj kilavuzu

b Kullanim kilavuzu

¢ Genel guvenlik énlemleri

d Titanyum apatit koku giderici filtre (yalniz FTXP20~35L ve
ATXP20~35L igin)

e g Unite tespit vidasi (M4x12L). Bkz. "6.2.4 I¢ liniteyi monte
etmek igin" sayfa 12.

f Kullanici arabirimi igin kuru pil AAA.LRO3 (alkalin)

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
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4 Uniteler hakkinda

g Kullanici arabirimi tutucu
h  Kullanici arabirimi
i Montaj levhasi

4 Uniteler hakkinda

4.1 Sistem montaj plani

@ BILDIRIM
Sistemin  tasarimi —15°C
yapiimamahdir.

altindaki sicakliklarda

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY

ic tinite

Servis kapagi

Hava filtresi

Titanyum apatit koku giderici filtre (yalniz ATXP-L ve
FTXP-L igin)

Sogutucu borulari, drenaj hortumu ve ara baglanti kablosu
Yalitim bandi

Q0T

-

4.2 Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin ¢alismasi icin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem
sinirlarinda kullanin.

5 Hazirhik

5.1 Genel bilgi: Hazirhik

Bu bdlimde montaj yerine gitmeden 6nce yapmaniz ve bilmeniz
gerekenler aciklanmistir.

Sunlar hakkinda bilgi igerir:
= Montaj sahasinin hazirlanmasi
= Sogutucu borularinin hazirlanmasi

= Elektrik tesisatinin hazirlanmasi

5.2 Montaj sahasinin hazirlanmasi

Uniteyi siklikla galisma alani olarak kullanilan yerlere monte
ETMEYIN. Cok toz gikaran insaat isleri (6rn. taslama isleri)
yapilmasi halinde (initenin tizeri ORTULMELIDIR.

Unitenin rahatca igeri ve digari tagsinmasina izin verecek boslukta bir
montaj konumu segin.

A UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

5.21 i¢ linitenin montaj yeri gereksinimleri

BILGI
Ayrica, “Genel guvenlik dnlemleri” boliminde agiklanan
onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

isletim modu Calisma sahasi

Sogutma®@® = Dis sicaklik: —=10~46°C

= ¢ sicaklik: 18~32°C

= ig nem: <%80
Isitma® = Dis sicaklik: —15~24°C

= ¢ sicaklik: 10~30°C
Kurutma® = Dis sicaklik: —=10~46°C

= ¢ sicaklik: 18~32°C

= ig nem: <%80

Calisma sahasi disinda calistirilirsa:
(a) Bir emniyet cihazi sisteminin galismasini durdurabilir.
(b) g Uinitede yogusma olusabilir ve damlama yapabilir.

= Hava akigi. Hava akisini hi¢ bir seyin engellemediginden emin
olun.

= Drenaj. Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin
olun.

= Duvar yalitimi. Duvardaki kosullar 30°C ve %80 bagil nemi
astiginda veya duvara taze hava girdiginde, ek yaltim gereklidir
(minimum 10 mm kahnlik, polietilen kopuk).

= Duvar mukavemeti. Duvar veya zeminin Unite agirhgini
destekleyecek kadar gugli olup olmadigini kontrol edin. Herhangi
bir risk varsa, Uniteyi monte etmeden 6nce duvar veya zemini
guclendirin.

Olasi karigmalari 6nlemek igin, glc¢ kablolarini televizyon ve
radyolara en az 1 metre uzaktan gecirin. Radyo dalgalarina bagh
olarak, 3 metre mesafe yeterli OLMAYABILIR.

= Uniteden desarj edilecek sicak/sojuk havanin veya calisma
sesinin baskalarini rahatsiz etmeyecegi bir konum segin.

= Fliioresan lambalar. Flloresan lambalar bulunan bir odaya
kablosuz kullanici arabirimi takilirken, girisimi 6nlemek igin
asagidakilere dikkat edin:

= Kablosuz kullanici arabirimini i¢ Uniteye olabildigince yakin
kurun.

= i¢ Uniteyi fliioresan lambalardan miimkiin oldugunca uzaga
kurun.

= Atmosferde mineral yag bugusu, spreyi veya buharinin
bulunabilecegi yerler. Plastik pargalar bozulabilir ve disebilir veya
su sizintisina neden olabilir.

Unitenin kullanim émriini kisaltacagindan, Unitenin su alanlara
monte edilmesi ONERILMEZ:

= Gerilim dalgalanmalarinin yiiksek oldugu yerler

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Hazirlik

Araclarda veya gemi

su sizintisina neden

Banyolarda.

Atmosferde mineral
bulunabilecegi yerler. Plastik pargalar bozulabilir ve disebilir veya

lerde

Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

yag bugusu,

olabilir.

rahatsizlik yaratmayacaktir.

spreyi

veya

Unitenin dogrudan giines 1siginin yolunda olacag yerler.

Sese duyarli alanlar (6r. yatak odasi yakini), bdylece calisma sesi

ligili mevzuata ve (nitenin maksimum galisma basincina
(bkz. Gnitenin isim plakasi tizerindeki "PS High") bagh
olarak daha buytik boru kalinhgi gerekebilir.

(a)

buharinin

5.3.2

= Yahtim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen
kopuk kullanin:
= 1s1 aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh
°C)

= Isi direnci en az 120°C

Sogutucu akigskan borularinin yalitimi

A UYARI

Islanabileceginden i¢ Unitenin ve/veya dis Unitenin altina
sey koymayin.
sogutucu akiskan borularindaki yogusma, hava filtresinin
kirlenmesi veya drenajin tikanmasi durumunda damlamaya
neden olabilir. Bu da Unitenin altina bulunan esyanin

KESINLIKLE

higbir

Unitedeki

kirlenmesine veya arizalanmasina sebebiyet verebilir.

veya

= Yalitim kalinhgi

= Aralik birakma. Uniteyi zeminden en az 1,8 m mesafede
yerlestirin, duvarlar ve tavandan olan mesafeler icin asagidaki

gereksinimleri g6z 6ntinde bulundurun:

( \
250 250
(mm)
5.3 Sogutucu akigkan borularinin
hazirlanmasi
5.3.1 Sogutucu boru gereksinimleri

Boru dis capi (9;) | Yaltim i¢ capi (&) | Yalitim kalinligi (t)
6.4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9.5 mm (3/8") 12~15 mm
12.7 mm (1/2") 14~16 mm
15.9 mm (5/8") 16~20 mm

<D,

©

7

t

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem %80'den ylksekse, yalitim yiizeyi
Uzerindeki yogusmanin 6nline gegilmesi igin yalitim malzemesinin
kalinligi en az 20 mm olmalidir.

54 Elektrik kablolarinin hazirlanmasi
5.41 Elektrik kablolarinin hazirlanmasi
hakkinda
BILGI

Ayrica, “Genel guvenlik onlemleri” boliminde agiklanan
Onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

UYARI

BILGI

Ayrica, “Genel guvenlik onlemleri” bolimuinde agiklanan

onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

A

Gl beslemede eksik veya yanlis bir N fazi mevcutsa,
cihaz arizalanabilir.

Sogutucu borularinin ¢api

Dig Unite Uzerindeki bagdlantilarda olan ¢aplarin aynisini kullanin:

Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmasina neden olabilir.

Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

Elektrik kablolarini  kablo kelepgeleri  kullanarak

sabitleyin ve kablolarin keskin kenarlar ve 6zellikle de

Sinif L1 sivi borulari L1 gaz borulari
20~35 76,4 9,5

50+60 76,4 @12,7

7 76,4 15,9

yuksek basing tarafindaki borularla temas etmemesine
dikkat edin.

Dis Unite Uzerindeki ba

glantilarda olan caplari

n aynisini kullanin:

Hasar gérmus kablolari, soyulmus iletken kablolarini,

uzatma kablolari veya vyildiz sistemi baglantilarini
Sinif L1 sivi borulari L1 gaz borulari kullanmayin. Aksi takdirde, asiri 1sinma, elektrik
15~35 76,4 39,5 g¢arpmasi veya yangin meydana gelebilir.
42+350 26,4 12,7 = Bu Unitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz

Sogutucu borularinin malzemesi

= Boru malzemesi: Fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir.

= Havsali baglantilar: Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

= Boru sertlik derece

si ve et kalinlig::

ilerletme  kapasitéri  kullanmayin. Faz ilerletme
kapasitoru performansi dustrlr ve kazalara yol acabilir.

UYARI

= Tum kablolar mutlaka vyetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ilgili mevzuata UYGUN
OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

12.7 mm (1/2")
15.9 mm (5/8")

Dis cap (@) | Sertlik derecesi | Kalinlik (t)@
6.4 mm (1/4") Tavlanmis (O) 20,8 mm 2
9.5 mm (3/8") @i

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata UYGUN OLMALIDIR.

(A)(F)TXP20~35L2V1B +
Daikin oda klimasi
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6 Montaj

A UYARI

Gli¢ besleme kablolari icin DAIMA cok cekirdekli kablo
tercih edin.

6 Montaj

6.1 Genel bilgi: Montaj

Bu bdlimde montaj yerinde sistemi monte etmek icin yapmaniz ve
bilmeniz gerekenler aciklanmistir.

Tipik is akisi

Montaj calismasi tipik olarak su asamalardan meydana gelir:
Dig Unitenin montaji.

ic Ginitenin montaj.

Sogutucu borularinin baglanmasi.

Sogutucu borularinin kontrolu.

Sogutucu sarj.

Elektrik kablolarinin baglanmasi.

Dis montajin tamamlanmasi.

ic montajin tamamlanmasi.

BILGI
Dis unitenin montaji icin (dis Unite montaji, sogutucu
borularinin dig Uniteye baglanmasi, sogutucu sarji, elektrik
kablolarinin disg Uniteye baglanmasi ...), dis Unitenin
montaj kilavuzuna bakin.

BILGI
Bu boélim sadece i¢ Uniteye 6zgl montaj talimatlarini
aciklar. Diger talimatlar igin bkz.:

0 N O g~ ON =

= Dis Unitenin montaj kilavuzu
= Kullanici arabiriminin montaj kilavuzu

= Opsiyonel aksesuarlarin montaj kilavuzu

6.2 g linitenin montaiji

6.2.1 i¢ iinitenin monte edilmesi sirasinda
alinmasi gereken 6nlemler

BILGI
Ayni zamanda asagidaki bdlimlerde bulunan 6nlem ve
gereksinimleri de okuyun:

= Genel glvenlik 6nlemleri

= Hazirhk

6.2.2 g iiniteyi agmak igin

On paneli gikarmak igin

1 On paneli her iki taraftaki panel tirnaklarindan tutun ve agin.

a Unite Gizerindeki gukuriz

2 On paneli sola veya saga kaydirip kendinize dodru cekerek
cikarin.

Sonug: 1 taraftaki 6n panel mili ayrilir.

3 Diger taraftaki 6n panel milini de ayni sekilde ayirin.

a  On panel mili

On paneli geri takmak igin

1 On paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayin ve iceri sonuna
kadar itin.

2 On paneli yavasca kapatin ve her iki tarafta ortasindan bastirin.

On 1zgarayi gikarmak igin

A DIKKAT

Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gerceklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

1 Hava filtresini sékmek igin 6n paneli ¢ikartin.

2 On i1zgaradan 2 viday (sinif 20~35) veya 3 viday! (sinif 50~71)
sokun.

3 3 daireli bir sembolle isaretlenmis 3 adet Ust kancayl asagi
dogru itin.

ST
(T AT T T

I

a Ustkanca
b 3 daireli sembol

4 On izgarayi gikarmadan énce kanadi agmanizi éneririz.

5 Her iki elinizi 6n 1zgaranin ortasina getirin, yukari dogru bastirip
kendinize dogru itin.

On 1zgaray geri takmak igin

1 On i1zgarayl takin ve 3 adet (st kancayr sadlam sekilde
yerlerine oturtun.

2 2 vidayi (sinif 20~35) veya 3 vidayi (sinif 50~71) 6n i1zgaraya
geri takin.

Hava filtresini ve ardindan 6n paneli takin.

Montér bagvuru kilavuzu
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6 Montaj

Elektrik kablolari kutusu kapaélnl cikarmak igin 5 Kapag! geri takmak icin, énce alttaki tirnagi elektrik kablolari
) kutusunun Uzerine oturtun ve kapagdi Ustteki 2 tirnagin igine
1 Onizgarayi gikartin. kaydirin.

Elektrik kablolari kutusundan 1 viday sokin. . . L.
Servis kapagini agmak igin
Kapagin ust kismindaki ¢ikintili kismi gcekerek elektrik kablolari

kutusu kapagini agin. 1 Servis kapagindan 1 vidayi sokin.
4 Alttaki tirnadi ¢oziin ve elektrik kablolari kutusu kapagini 2 Servis kapagini uniteden yatay olarak gekip cikarin.
cikarin.

a Servis kapag! vidasi
b Servis kapagi

6.2.3 Montaj plakasini takmak igin

1 Montaj plakasini gegici olarak takin.
2 Montaj plakasini tesviye edin.

3 Vidalarn kullanarak montaj plakasini duvara sabitleyerek
kurulumu bitirin.

4 Bir serit metre kullanin. Serit metrenin ucunu ">" semboliine

a Tirnak yerlestirin.
b Kapagin tst kismindaki gikintil kisim T
¢ Vida BILGI

Cikarilan boru baglanti noktasi kapadi montaj plakasi
cebinde tutulabilir.

A a b ¢ a c a
i
)
116.5
(D}
G
00
3 d
N >
0 ! 0
3 N3
(/;e
70 ‘ 48
(mm)
B a b c a c a

0|
[o2]
|
w0
<
A
L 475 L 404
990 (mm)
A Sinif 20~35
B  Sinif 50~71
a  Onerilen montaj plakasi tespit noktalari
b Boru baglanti noktasi kapagi icin cep
c Su terazisi yerlestirme tirnaklari
(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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6 Montaj

Duvardan gegen delik @65 mm

Drenaj hortumu konumu

Serit metre igin ">" sembollindeki konum
Gaz borusu ucu

Sivi borusu ucu

TQ w0

6.2.4 i¢ liniteyi monte etmek igin

A DIKKAT

Metal donatilar veya metal levhalar igeren duvarlar igin
olasi 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin sorunlarini
ortadan kaldirmak icin duvara géomuli boru ve duvardan
gecen delikler i¢in duvar kapag kullanin.

BiLDIRIM
Su sizintisini 6nlemek igin borularin etrafindaki bosluklari

sizdirmazlik malzemesi (sahadan temin edilir) ile
tikadiginizdan emin olun.

1 Duvarda disari dogru edimli 65 mm'lik bir gecis delidi agin.
2 Delige bir duvar borusu yerlestirin.
3 Duvar borusuna bir duvar kapagi takin.

ab

) N

b a (mm)

4 Kablo baglantilari, sogutucu borulari ve drenaj borularini
tamamladiktan  sonra, boslugu macunla  doldurmayi
UNUTMAYIN.

@ BILDIRIM

= Sogutucu borularini BUKMEYIN.

= Sogutucu akigkan borularini alt gévdeye veya o6n
1zgaraya BASTIRMAYIN.

5 Boru portu kapagini bir kil testere kullanarak 6n izgara iginden
kesin.

I

6 Bir yanim dairesel gubuk ede kullanarak kesim ¢izgisi boyunca
capaklari temizleyin.

@ BiLDIRIM
On 1zgaraya zarar verecegdinden boru portu kapagini
ctkarmak icin yan keski KULLANMAYIN.

7 Drenaj tapasini drenaj portundan ¢ikartin ve drenaj hortumunu
porta baglayin.

@ BiLDIRIM
Yerlestirirken drenaj tapasina yaglama yagdi (sogutucu
akiskan yagi) UYGULAMAYIN. Drenaj tapasi bozulabilir ve

tapadan drenaj kagagina neden olabilir.

0=

a 4 mm altigen anahtar

8 Sogutucu akigkan borularini montaj levhasi Ulzerindeki boru
dogrultusu boyunca diizeltin.

c c d e

Drenaj hortumu

Bu deligi macun veya tamir harci ile doldurun.
Yapigkan vinil bant

Yalitim bandi

Montaj plakasi (aksesuar)

®Q0T O

9 Drenaj hortumunu ve sogutucu akiskan borularini duvar
deliginden gegirin.

10 Ig Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

11 Ara baglanti kablosunu igeri dogru ¢ekin.
12 Sogutucu akiskan borularini baglayin.

13 Sogutucu akigkan borulari, ara baglanti kablosu ve drenaj
hortumunu yalitim bandiyla birlikte sarin. Her turda bandin
genigliginin en az yarisi kadar bindirme yapin.

a b

<. B

Montér bagvuru kilavuzu
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6 Montaj

Drenaj hortumu

Ara baglanti kablosu

Montaj plakasi (aksesuar)

Sogutucu borulari

i¢ Uinite tespit vidasi M4x12L (aksesuar)
Alt gévde

14 Ara baglanti kablosunun i¢ tniteye TAKILMAMASI icin dikkatli
olun.

-~0 Q0T O

15 ¢ Unitenin alt kenarina, montaj plakasi kancalarini sikica
kavrayana kadar iki elinizle bastirin.

16 2 adet i¢ Unite tespit vidasi M4x12L (aksesuar) kullanarak ig
Uniteyi montaj plakasina sabitleyin.

Duvara gomiuli boru

17 Drenaj hortumunu drenaj borusundan ¢ikmayacak sekilde
asagidaki resimde gosterildigi gibi drenaj borusuna takin.

I

-|.| mm

Borular sag yana, sag arkaya veya sag alta
baglamak igin

BiLGI
Fabrika varsayllani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan ¢ikarin ve sol

tarafa takin.

1 Drenaj hortumunu yapiskan vinil bant ile sogutucu akigkan
borularinin altina tutturun.

2 Drenaj hortumu ve sogutucu akiskan borularini yalitim bandi ile
birlikte sarin.

Cc

A Sag yandan boru baglantisi

B Sag alttan boru baglantisi

C Sag arkadan boru baglantisi

a Sag yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan cikarin.

b Sag alttan boru baglantisi igin boru portu kapagini buradan
ctkarin.

3 Drenaj hortumunu ve sogutucu akiskan borularini duvar
deliginden gegirin.

4 ¢ Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

Montaj plakasi (aksesuar)
Ara baglanti kablosu
¢ Kablo kilavuzu

T o

5 On paneli ve ardindan servis kapadini agin. Bkz. "6.2.2 Ig
Uniteyi agmak igin" sayfa 10.

6 Dis Uniteden gelen ara baglanti kablosunu duvardaki delikten,
ic Unitenin arkasindan ve On taraftan gegirin. (Ara baglanti
kablosunun 6nceden soyulmus olmasi durumunda uglari yalitim
bandiyla kapatin.)

7 Kablonun ucunu bikuln.

8 Unitenin alt gévdesini her iki elinizle montaj plakasi alt kancalari
Uzerine oturacak sekilde bastirin. Kablolarin hicbir yerde
EZILMEDIGINDEN emin olun.

Borulari sol yana, sol arkaya veya sol alta
baglamak i¢gin

BILGI
Fabrika varsayilani sad yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan ¢ikarin ve sol

tarafa takin.

1 Sag taraftaki yalitim tespit vidasini sokiin ve drenaj hortumunu
cikartin.

Sol taraftaki drenaj tapasini ¢ikartin ve bunu sag tarafa takin.

Drenaj hortumunu takin ve tespit vidasiyla sikmay! unutmayin;
aksi takdirde su sizintisi meydana gelebilir.

a Yalitim tespit vidasi
b Drenaj hortumu

4 Drenaj hortumunu yapigkan vinil bant kullanarak sogutucu
akiskan borularinin alt tarafina tutturun.

Sol yandan boru baglantisi

Sol arkadan boru baglantisi

Sol alttan boru baglantisi

Sol yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan gikarin.

Sol alttan boru baglantisi icin boru portu kapagini buradan
cikarin.

o OW>

(=3

6.2.5 Drenaji saglamak igin

Yogdusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun. Bu
sunlari kapsar:

= Genel esaslar
= Drenaj borularinin i¢ tniteye baglanmasi

= Su kagaklarini kontrol edilmesi

Genel esaslar

= Boru uzunlugu. Drenaj borusunu mimkun oldugunca kisa tutun.

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
4P513661-1 — 2017.10
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6 Montaj

= Boru ebadi. Boru 6lglsini baglanti borusunun 6lglsi (16 mm
nominal gap ve 18 mm dis ¢apinda vinil boru) ile ayni veya ondan
daha buyuk tutun.

BILDIRIM
= Drenaj hortumunu asagi dogru egimle takin.

= Tutuculara izin VERILMEZ.
= Hortumun ucunu suya BATIRMAYIN.

@18

= Drenaj hortumu uzatmasi. Bosaltma hortumunu uzatmak icin,
sahadan temin edilen @16 mm hortum kullanin. Uzatma
hortumunun i¢ mekan kisminda 1si yalitim tupd kullanmayi
UNUTMAYIN.

g
B [:1:% S 1111

a g Unite ile birlikte verilen drenaj hortumu
b Isiyalitim tlpi (sahadan temin edilir)
¢ Uzatma drenaj hortumu

a

i

= Sert polivinil kloriir boru. Drenaj hortumuna dogrudan sert
polivinil klorir boru (813 mm) baglarken, sahadan temin edilen bir
drenaj soketi (13 mm) kullanin.

a @ b c
— 2 | |
L - -
4
I Uinite ile birlikte verilen drenaj hortumu

a
b @13 mm drenaj soketi (sahadan temin edilir)
¢ Sert polivinil klorlr boru (sahadan temin edilir)

= Yogusma. Yogusmaya karsi onlemleri alin. Bina icindeki tim
drenaj borularini yahtin.

Su kacgaklarini kontrol etmek igin

1 Hava filtrelerini gikarin.

2 Drenaj tavasina yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve su
kagaklarini kontrol edin.

6.2.6 Opsiyonel aksesuarlari (kablolu kullanici
arabirimi, merkezi kullanici arabirimi,
kablosuz adaptor, vb.) baglamak igin

1 Elektrik kablolari kutusu kapagini c¢ikarin (bkz. "Elektrik
kablolari kutusu kapagini ¢gikarmak icin" sayfa 11).

2 Baglanti kablosunu S21 konektoriine takin ve kablo demetini
asagidaki sekilde gosterildigi gibi cekin.

a Kablosuz adaptor igin S21 kablo demeti yonlendirmesi
b Dider uygulamalar icin S21 kablo demeti yonlendirmesi
¢ S21 konektori

3 Elektrik kablosu kutusu kapagini geri yerlestirin ve kablo
demetini yukaridaki sekilde gosterildigi gibi etrafindan cekin.

6.2.7 Kablosuz adaptoéri takmak igin
Sinif 20, 25, 35 igin

1 Kablosuz adaptori kancalara karsi yerlestirin.

2 Asagi dogru bastirarak adaptéru kilitleyin.

3 Cikarmak icin yukaridaki adimlari ters sirayla uygulayin.
Sinif 50, 60, 71 igin

Kablosuz adaptoru tutucuya yerlestirin.
Adaptoru, Uzerine bastirarak tutucuya sabitleyin.

Cikartmak icgin, kablosuz adaptérii serbest birakmak uzere
tutacagin bir kelepgesini parmakla bukin ve tutucudan ¢ikarin.

Montér bagvuru kilavuzu
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6 Montaj

6.2.8 Farkl bir adres ayarlamak igin

1 odaya 2 i¢ Unite monte edildiginde, 2 kullanici arabirimi icin farkli
adresler ayarlanabilir.

1 Kullanicr arabirimindeki pilleri ¢ikarin.

2 Adres atlatma telini kesin.

a
S
it

a Adres atlatma teli

@ BiLDIRIM
Adres atlatma telini keserken cevreleyen parcalara zarar
VERMEMEYE dikkat edin.

3 Glg beslemesini acin.

Sonug: Referans konumunu ayarlamak igin i¢ tnitenin kanadi acilir
ve kapanir.

BILGI
= FTXF-A Uniteler icin asagidaki ayar, glc¢c beslemesi
acildiktan sonra 5 dakika icinde TAMAMLANMALIDIR.

= Ayarl  zamaninda BITIREMEDIYSENIiZ,  gii¢
beslemesini kapatin ve geri agmadan 6nce en az
1 dakika bekleyin.

4 Ayni anda basin:

Model Diigmeler

FTXP-L ve ATXP-L = e

FTXF-A (oo (reve] e 27
5 Basin:
Model

FTXP-L ve ATXP-L

FTXF-A

Diigme

6 Segin:

Model Sembol

FTXP-L ve ATXP-L

FTXF-A

7 Basin:

Model

FTXP-L ve ATXP-L

FTXF-A

A
-
Diigme

a Calisma lambasi
b ¢ Ginite ON/OFF anahtari

8 Calisma lambasi yanip sénerken ON/OFF anahtarina basin.

Atlatma kablosu Adres
Fabrika ayari 1

Yan keski ile kestikten 2
sonra

BILGI
Calisma lambasi yanip sonerken ayar TAMAMLANAMADI
ise, ayar islemini en bastan tekrarlayin.

9 Ayar tamamlandigi zaman suna basin:

Model Diigme

FTXP-L ve ATXP-L dugmesini yaklasik 5 saniye
basili tutun.

Sonug: Kullanici arabirimi dnceki ekrana geri dénecektir.

FTXF-A

6.3 Sogutucu akigkan borularinin
baglanmasi

6.3.1 Sogutucu borularinin baglanmasi
hakkinda
Sogutucu borularinin baglantisi yapilmadan énce
Dis ve i¢ Unitenin monte edildiginden emin olun.
Tipik is akigi
Sogutucu borularinin baglanmasi sunlari kapsar:
= Sogutucu borularinin i¢ Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin dis Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin yalitimi
= Su konulardaki ilkeleri unutmamak gerekir:
= Boru kivrimlari
= Boru uglarina havsa agiimasi

= Stop vanalarinin kullanimi

6.3.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken
dikkat edilecekler

BILGI
Ayni zamanda asagidaki bolumlerde bulunan 6nlem ve
gereksinimleri de okuyun:

= Genel glvenlik 6nlemleri

= Hazirhk

TEHLIKE: YANMA RiSKi

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
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6 Montaj

DIKKAT

= Konik parga Uzerinde KESINLIKLE madeni vyag
kullanmayin.

= Kullanim émrinin garanti edilmesi bakimindan bu R32
tnitesine KESINLIKLE kurutucu takmayin. Kurutucu
maddeler ¢ozlinerek sisteme zarar verebilir.

A DIKKAT

= Ana Uniteye sabitlenen konik somunu kullanin.

= Gaz kagagini onlemek igin, yalnizca havsanin i¢
ylzeyine sogutucu yagi uygulayin. R32 igin sogutucu
yagdi kullanin.

= Baglantilari tekrar KULLANMAYIN.

@ BiLDIRIM
Sogutucu akigkan borulariyla ilgili olarak su hususlari
dikkate alin:

= Sogutucu donglstne belirtilen sogutucu akiskan
disinda bagka higbir seyin (6rn. hava) karismamasini
saglayin.

= Sogutucu ilave ederken, yalniz R32 kullanin.

= Basinca dayanikli olmasi ve yabanci maddelerin (6rn.
mineral yaglar ve nem) sisteme karismasinin
Onlenmesi igin yalnizca R32 kurulumlari igin 6zel olarak
tasarlanmis montaj aletleri (6rn. manifold gosterge seti)
kullanin.

= Borulari, konik parcalari KESINLIKLE mekanik gerilime
maruz kalmayacak sekilde monte edin.

= Boru tesisatini pislik, sivi veya toz girisi énlenecek
sekilde asagidaki tabloda aciklandidi gibi koruyun.

= Bakir borulari duvarlardan gecirirken dikkatli olun
(asagidaki sekle bakin).

X & X

Unite Montaj siiresi Koruma yontemi
Dig unite >1 ay Boruyu sikistirin
<1 ay Boruyu sikistirin veya
ig Unite Siireden bagimsiz ~ |Pantlayin
BILGI

Sogutucu akiskan borularini kontrol etmeden KESINLIKLE
sogutucu akiskan kesme vanasini agmayin. ilave sogutucu
akigkan doldurmaniz gerekiyorsa, sogutucu akiskan
kesme vanasini doldurma isleminden sonra agmaniz
Onerilir.

6.3.3 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken
dikkat edilecekler

Borulari baglarken su hususlari dikkate alin:

= Havsa somunu takarken, havsanin i¢ ylizeyini eter veya ester
yagiyla kaplayin. Saglam sekilde sikmadan 6nce, elinizle 3 veya 4
tam tur sikin.

— \
SR S,
|
/

» Havsa somununu gevsetirken DAIMA 2 anahtari birlikte kullanin.

= Boru baglantilarini yaparken havsa somununu sikmak icin DAIMA
somun anahtari ile tork anahtarini birlikte kullanin. Boylece,
somunun ¢atlamasi ve kacaklar édnlenmis olur.

a Tork anahtari
b  Somun anahtari
¢ Boru birlegimi
d Havsa somunu
Boru ebadi Sikma torku | Havsa olgiileri | Havsa bicimi
(mm) (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o2
5op
29,5 33~39 12,8~13,2 Aoy
12,7 50~60 16,2~16,6 (\R =04-08
15,9 63~75 19,3~19,7 A

6.3.4 Boru dirsek talimatlan

Blikme igin bir boru bikme aleti kullanin. Tim boru dirsekleri
mumkin oldugunca yumusak gegcisli olmaldir (dirsek yaricapi
30~40 mm veya daha yiiksek olmalidir).

6.3.5 Boru ucunun konik kesilmesi icin

DIKKAT

= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi
kacagina neden olabilir.

« Konik borulari  KESINLIKLE tekrar kullanmayin.
Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek igin yeni havsalar
kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa basli somunlari kullanin.
Farkli havsa somunlarinin kullaniimasi, sogutucu gaz
kagaklarina neden olabilir.

1 Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin.

2 Capaklarin boruya GIRMEMESI igin, kesilen yilizey asag
bakarken ¢apaklarini temizleyin.

1

a—/ \b

a Tam dik agida kesin.
b Capaklari temizleyin.

3 Stop vanasindan havsa somununu sokin ve boru (zerine
yerlestirin.

4 Boruyu konik kesin. Tam olarak asagidaki sekilde gosterildigi
konuma ayarlayin.

2

R32 icin havsa Geleneksel havsa takimi
takimi (kavramall | Kayrama tipi Kelebek somun
i) (Ridgid tipi) ~ tipi
(Ingiliz tipi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Havsanin dogru sekilde agildigini kontrol edin.

Montér bagvuru kilavuzu
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6 Montaj

a —g"‘— b
c
a Havsanin ig ylzeyi puriizsiz OLMALIDIR.
b Boru ucuna esit olarak tam daire seklinde havsa

ACILMALIDIR.
¢ Havsa somununun takildigindan emin olun.

6.3.6 Sogutucu borularini i¢ liniteye baglamak
icin
* Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mumkin oldugunca kisa
tutun.

= Havsali baglantilar. Sogutucu borularinin Uniteye baglantisini
havsali baglantilar kullanarak yapin.

= Yalitim. I¢ (initedeki sogutucu borularini, ara baglanti kablosunu
ve drenaj hortumunu agagidaki gibi yahtin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi
Ara baglanti kablosu
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi
Son iglem bandi
Drenaj hortumu

-0 Q0T

9
BILDIRIM
Tum sogutucu borularini yahtmayi ihmal etmeyin. Agikta
kalan borular yogusmaya neden olabilir.

6.4 Elektrik kablolarinin baglanmasi

6.4.1 Elektrik kablolarinin baglanmasi hakkinda

Tipik is akigi
Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak agagidaki agsamalardan
olusur:

1 Gug besleme sisteminin Unitenin elektrik 6zelliklerine uygun
oldugundan emin olunmasi.

2  Elektrik kablolarinin dis Uniteye baglanmasi.
3 Elektrik kablolarinin i¢ tniteye baglanmasi.
4 Ana glc¢ beslemesinin baglanmasi.

6.4.2 Elektrik kablo baglantilari yapilirken
dikkat edilecekler

BILGI
Ayni zamanda asagidaki bolimlerde bulunan énlem ve
gereksinimleri de okuyun:

= Genel glvenlik 6nlemleri

= Hazirhk

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

UYARI

Gli¢ besleme kablolari igin DAIMA gok cekirdekli kablo
tercih edin.

A UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

A UYARI

Giig beslemesini i¢ Giniteye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin gikabilir.

A UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik parcalarini Grindn
icerisinde KULLANMAYIN.

= Drenaj pompasi vb. igin gl¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

A UYARI

Bu borular cok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

6.4.3 Elektrik kablolar1 baglanirken dikkat
edilmesi gerekenler

Asagidakileri akilda tutun:

= Orgiilii iletken kablolar kullanilirsa, kablonun ucuna yuvarlak
sikistirma stilindeki terminal takin. Yuvarlak kablo pabucunu
kabloya siyrilan alani kapatacak sekilde takin ve terminali uygun
bir aletle sikin.

b a

a  Orgiilii iletkenli kablo
b Yuvarlak sikistirma stilindeki terminal

= Kablolari déserken su yontemleri kullanin:

Kablo tipi
Tek damarli tel

Montaj yontemi

At P
‘EI%]‘

a Kivrimli tek damarli tel

(3]
o

’;
@_E
3

b Vida
c Duz pul
Yuvarlak kablo “’T a ch
pabuglu 6rgiilii = ‘ B
| 0 ¢1 <t Ne
iletken kablo 7 | #ﬂ

a Terminal
b Vida

c Duz pul
0O izin verilir

X izin VERILMEZ

Sikma torklan

Oge Sikma torku (Nem)
1,2~1,5

M4 (X1M)

M4 (toprak)

(A)(F)TXP20~35L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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7 Devreye Alma

6.4.4 Standart kablo bilesenlerinin 6zellikleri

Eleman

4 damarli kablo 21,5 mm?
ve 220~240 V igin uygun

Ara baglanti kablosu (ig—dis)

6.4.5 i linite iizerine elektrik kablolarini
baglamak igin

Elektrik baglantilari, montaj kilavuzu ile ulusal elektrik kablo
baglantisi diizenlemeleri ya da uygulama esaslarina gore yerine
getirilmelidir.

Glg besleme ve iletim kablolarinin birbirlerinden ayri tutulmasi
onemlidir. Olabilecek elektrik girisimlerini 6nlemek igin her iki
kablolama arasindaki mesafenin DAIMA en az 50 mm olmasi
gerekir.

BiLDIRIM
Gug hatti ve iletim hattini mutlaka birbirlerinden ayr tutun.
iletim kablolari ve giic besleme kablolari kesisebilir, ancak

paralel GIDEMEZ.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini 6nlemek icin gerekli 6nlemleri alin. Kicik
hayvanlarin elekirikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

el

1 2®3 0
BN
9@

a Terminal blogu
b Elektrik bilesen blogu
¢ Kablo tutucu

1 Kablo uglarini yaklasik 15 mm soyun.

2 Kablo renklerinin i¢ Unite terminal bloklari Gizerindeki terminal
rakamlarina karsilik gelmesini saglayin ve vidalari ilgili
terminallere saglam sekilde vidalayin.

Topraklama kablolarini ilgili terminallere baglayin.

4 Saglam sekilde baglandigindan emin olmak igin kablolari ¢ekin
ve ardindan kablolari kablo tutucuyla sabitleyin.

5 Kablolari, servis kapagi saglam sekilde oturacak sekilde
yerlestirin ve ardindan servis kapagini kapatin.

6 Telleri terminal vidalari ile sikica sabitleyin.

{a
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7 Devreye Alma

71 Genel bakis: Devreye alma

Bu bdlimde, montaji yapildiktan sonra sistemi isletmeye almak igin
yapmaniz ve bilmeniz gerekenler aciklanmisgtir.

Tipik is akisi

Devreye alma c¢aligmasi tipik olarak su asamalardan meydana gelir:
1 "isletmeye alma éncesi kontrol listesi" kontrolii.

2  Sistem igin bir test galistirmasi gerceklestiriimesi.

7.2  isletmeye alma éncesi kontrol
listesi
Asagidaki kontroller TAMAMLANMADAN sistemi CALISTIRMAYIN:

] Montor basvuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim
montaj talimatlarini okuyun.

ig tiniteler dogru sekilde monte edilmelidir.

L]
(] Dig tinite dogru sekilde monte edilmelidir.
Hava girisi/cikigi
] girisiicikis

Unitenin hava giris ve cikisinin kagit, mukavva veya
baska bir madde ile engellenmedigini kontrol edin.

EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.

(]

Sogutucu akiskan borular (gaz ve sivi) termal olarak
yalitiimahdir.

(]

Drenaj

[l

Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.

Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
terminalleri sikilmahdir.

Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.

Giic besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazili
gerilime uygun olmalidir.

Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

i¢ tinite kullanici arabiriminin sinyallerini alir.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

Kompresoriin izolasyon direnci NORMAL olmalidir.

ic ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarli bilesen
veya sikismis borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
yalitiimahdir.

oo oo oiggigigg

Dis Unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

7.3 Bir test ¢alistirmasi
gerceklestirmek igin
On sart: Giig beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

On sart: Test calistrmasi sojutma veya isitma modunda
gerceklestirilebilir.
On sart: Test galistirmasi, tiim fonksiyonlarin ve pargalarin diizgiin

¢alistigindan emin olmak igin i¢ Unitenin kullanim kilavuzuna uygun
olarak gerceklestiriimelidir.

1 Sogutma modunda, programlanabilir en dusuk sicakligi segin.
Isitma modunda, programlanabilir en ylksek sicakhgi segin.
Gerekirse test calismasi devre disi birakilabilir.

Montér bagvuru kilavuzu
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8 Kullaniciya teslim

2 Deneme calistirmasi tamamlandiginda, sicakligi normal bir
seviyeye ayarlayin. Sogutma modunda: 26~28°C, isitma
modunda: 20~24°C.

3 Unite KAPALI konuma getirildikten 3 dakika sonra sistem
calismayi durdurur.

7.31 Kis sezonunda test calistirmasi yapmak
icin

Kisin klimayr Sogutma modunda calistirirken, asagidaki yontemi

kullanarak test calistirmasi isletimine ayarlayin.

FTXP-L ve ATXP-L liniteler igin
[ A~ W TEMP
1 [TEMP| M ve Uizerine ayni anda basin.

A
TEMP| digmesine basin.
7 segimini yapin.

3
4 digmesine basin.
5 Sistemi agmak igin 0oL veya HEAT ) iizerine basin.

Sonug: Test calistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra
otomatik olarak durur.

6 Isletimi durdurmak igin #FAN) (izerine basin.

FTXF-A uniteler igin

7 Sistemi agmak igin Gizerine basin.

{ ~ W TEMP
8 [TEMP], M ve ortasina ayni anda basin.
9 Uzerine iki kez basin.

Sonug: Ekranda 7~ belirir. Test galistirma isletimi segilir.

Sonug: Test calistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik
olarak durur.

10 Isletimi durdurmak igin Uizerine basin.
BILGI

Bazi fonksiyonlar test c¢alistirmasi isletim modunda
KULLANILAMAZ.

isletim sirasinda elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden calisir.

8 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde calismaya
basladiginda, lutfen asagidaki hususlarin kullanici tarafindan
anlasildigindan emin olun:

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve
kullanicidan bu dokimanlari daha sonra basvurmak Uzere
saklamasini isteyin. Kullaniciyi tim belgeleri bu kilavuzun gegmis
bélimlerinde  belirtlen  URL'de  bulabilecegi  konusunda
bilgilendirin.

= Kullaniciya sistemin nasil dogru sekilde calistinlacagini ve
herhangi bir sorunla karsilasmasi halinde ne yapacagini aciklayin.

= Kullaniciya Unitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gereken bakim
galismalarini aciklayin.

9 Bertaraf

Unitenin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger pargalarla ilgili
islemler ilgili mevzuata uygun olarak GERCEKLESTIRILMELIDIR.
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10 Teknik veriler

10 Teknik veriler

En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir. En son teknik verilerin tam kiimesine

Daikin dis agindan (kimlik denetimi gerekir) ulasilabilir.

10.1

Kablo semasi

Birlestirilmis Kablo Semasi Lejanti

genel gorinimde parga kodunda ™" simgesiyle gosterilir.

iigili parcalar ve parca numaralar igin, Gniteyle birlikte verilen kablo semasi gikartmasina bakin. Parca numaralari, Arapca rakamiaria artan sirada verilir ve agagidaki

g DEVRE KESICI D KORUYUCU TOPRAKLAMA
—@— BAGLANTI @ KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDA)
= , D» KONEKTOR @ DOGRULTUCU
L TOPRAKLAMA —-)— ROLE KONEKTORU
s H B == SAHAKABLOSU @ KISA DEVRE KONEKTORU
e — SIGORTA —OO— TERMINAL
_@_ ic UNITE [T 1] TERMINAL SERIDI
INDOOR

-_ﬁ DIS UNITE O e KABLO KELEPGESI

OUTDOOR
BLK : SiYAH GRN : YESIL PNK . PEMBE WHT : BEYAZ
BLU : MAV GRY : GRI PRPPPL : MOR YIW :  SARI
BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU RED © KIRMIZI

AP BASKILI DEVRE KARTI PS ANAHTAR GUG BESLEMESI

BS* AGMA/ KAPAMA DUGMESI, CALISTIRMA DUGMESI PTC* TERMISTOR PTC

BZ H'O SESLi UYARI Q YALITILMIS KAPIL! iKi KUTUPLU TRANSISTOR

(IGBT)

c* KAPASITOR QD TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICISI

AC*, CN*, E¥, HA*, HE, HL*, HN*, BAGLANTI, KONEKTOR QL ASIRI YUK KORUYUCU

HR*, MR*_A, MR* B, S* U,V,

W, XA, K*R_*

D% V'D DiYOT QM TERMALANAHTAR

DB* DIYOT KOPRUSU R* DIRENG

DS* DIP ANAHTARI RT TERMISTOR

E*H ISITICI RC ALICI

F*U, FU* (KARAKTERISTIK SIGORTA SC LIMIT ANAHTARI

OZELLIKLER IGIN UNITENIZ ICINDEKI

PCB'YE BAKIN)

FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) S SAMANDIRALI ANAHTAR

H MUHAFAZA S*NPH BASING SENSORU (YUKSEK)

H*P, LED*, V'L PILOT LAMBASI, LED S*NPL BASING SENSORU (DUSUK)

HAP LED (SERVIS MONITORU - YESIL) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)

HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM S*PL BASING ANAHTARI (DUSUK)

IES INTELLIGENT EYE SENSORU ST TERMOSTAT

IPM* AKILLI GUG MODULU S*W, SW* GALISTIRMA DUGMESI

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MANYETIK ROLE SA* F1S DARBE KORUYUCU

L CEREYANLI SR*, WLU SINYALALICI

L SERPANTIN SS* SEGIMANAHTARI

'R REAKTOR SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA

M KADEMELI MOTOR ™R TRANSFORMATOR

M*C KOMPRESOR MOTORU TC, TRC VERICI

MF FAN MOTORU Y VARISTOR

MP TAHLIYE POMPASI MOTORU V'R DIYOT KOPRUSU

M*s HAREKET MOTORU WRC UZAKTAN KUMANDA

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MANYETIK ROLE X+ TERMINAL

N NOTR XM TERMINAL SERIDI (BLOK)

n=*N=* FERRIT CEKIRDEKTEN GEGIS SAYISI Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANAS| SERPANTINI

PAM DARBE-GENLIK MODULASYONU YR, Y*S TERSLEYICi SOLENOID VANA SERPANTINI

PCB* BASKILI DEVRE KARTI zC FERRIT GEKIRDEK

PM* GUG MODULU ZFZ°F CALISMA SESI FILTRESI
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11 Sozluk

11 Sozluk

Satici
Uriiniin satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Uriinii monte etmeye yetkili teknik kisilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya Griinii kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grin veya Urundn kullanildigi Ulke icin gecerli ve
yurirlikte olan tim uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel
direktifler, kanunlar, ydnetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin igin gerekli servisin gergeklestiriimesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim galismalarini agiklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grlin veya uygulama igin hazirlanan ve ilgili Grintn
nasil kullanilacagini agiklayan kilavuzdur.

Bakim talimatlari:
Belirli bir Grtin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
veya uygulamanin montaji, yapilandiriimasi, kullanimi ve/
veya bakimi ile ilgili agiklamalari igeren kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestiriimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
ilgili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak (riinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
ilgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, ancak  Daikin tarafindan
URETILMEYEN cihazlardir.
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