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1 | Opce mjere opreza

1 Opce mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

= |zvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su
prijevodi.

= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne teme, stoga ih
pazljivo slijedite.

= Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u prirucniku za postavljanje i u
referentnom vodicu za instalatera MORA izvesti ovlasteni instalater.

1.1.1 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Oznacuje situaciju koja rezultira smréu ili tesSkom ozljedom.

OPASNOST: RIZIK OD STRUINOG UDARA SA SMRTNIM
POSLIEDICAMA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po zivot.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama zbog ekstremno visokih ili
niskih temperatura.

> B P

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

N
N>

F»

UPOZORENIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom ozljedom.

UPOZORENJE: ZAPALIIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teskom ozljedom.

OBAVUEST

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati osSte¢enjem opreme ili imovine.

INFORMACUJE

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

-1 @ B B P

Simboli koristeni na jedinici:
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1 | Opcée mjere opreza

Simbol Objasnjenje

E:IE Prije postavljanja, procitajte prirucnik za postavljanje i
rukovanje, i list uputa za oZicenje.

@ Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih zadataka,
procitajte servisni priruc¢nik.

[m] Za vise informacija pogledajte referentni vodic za instalatera i
korisnika.

Simboli koristeni u dokumentaciji:

Simbol Objasnjenje

Oznacava naslov slike ili upudivanje na nju.

Primjer: "® 1-3 Naslov slike" znaci "Slika 3 u poglavlju 1".

% Oznacava naslov tablice ili upucivanje na nju.

Primjer: "= 1-3 naslov Tablice" znaci "Tablica 3 u poglavlju
1"

1.2 Zainstalatera

1.2.1 Opdenito

Ako NISTE sigurni kako se uredaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom

zastupniku.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

® Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode
te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevruci ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na
normalnu temperaturu. Ako ih morate dirati, nosite pritom zastitne rukavice.

* NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slucajno isteku.

UPOZORENIJE

Nepravilno postavljanje ili pri¢vrs¢ivanje opreme ili dodatnog pribora moze izazvati
strujni udar, kratki spoj, curenje, pozar ili druga ostecenja opreme. Upotrebljavajte
samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili
odobrila tvrtka Daikin.

UPOZORENIJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju vazeé¢im
zakonima (povrh uputa opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).

OPREZ

Nosite odgovarajucu osobnu zasStitnu opremu (zastitne rukavice, sigurnosne
naocale...) prilikom instalacije, odrzavanja ili servisiranja sustava.

> B> B B P

UPOZORENIJE

Rasparajte i bacite plasti¢ne vrecice za pakiranje kako se nitko ne bi njima igrao, a
pogotovo djeca. Mogucdi rizik: gusenje.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
Daikin klima uredaj
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1 | Opce mjere opreza

UPOZORENIJE

Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala skloniste malim
Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim dijelovima male Zivotinje mogu izazvati
neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.

OPREZ

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijska krilca uredaja.

OPREZ
= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju plocu jedinice.

* NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na nju.

OBAVUEST

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom vremenu kako biste izbjegli
prodiranje vode.

@ BB P

U skladu s vazec¢im zakonima proizvodu ¢ete mozda morati priloziti zapisnik koji
sadrzi barem informacije o odrzavanju, popravcima, rezultatima testova,
razdobljima mirovanja,...

Takoder, na dostupnom mijestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedece
podatke:

= upute za isklju¢ivanje sustava u slucaju nuzde
= naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
= naziv, adresu te brojeve dnevnih i noénih telefona za dobivanje usluge.

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

1.2.2 Mjesto postavljanja

= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje zraka.
= Uvjerite se da mjesto instaliranja moze podnijeti tezinu i vibracije uredaja.

= Osigurajte dobro prozracivanje prostora. NEMOJTE zaprijeciti ni jedan otvor za
provjetravanje.

= Pazite da je uredaj niveliran.
Uredaj NE postavljajte na slijede¢im mjestima:
= U potencijalno eksplozivnom okruzenju.

= Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski
valovi mogu poremetiti sustav upravljanja i prouzrociti greske u radu opreme.

= Na mjestima gdje postoji opasnost od poZara zbog curenja zapaljivih plinova
(primjer: razrjedivac ili benzin), uglji¢nih vlakana, zapaljive prasine.

= Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija
bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova moZe prouzrociti istjecanje rashladnog
sredstva.

= U kupaonice.

Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32

Ako je primjenjivo.

Referentni vodic za instalatera |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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UPOZORENIJE
= NEMOJTE probusiti ili spaliti.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odledivanja ili cis¢enje, osim
onih koje je preporucio proizvodac.

® |majte na umu da rashladno sredstvo R32 ne sadrzi nikakav miris.

provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno ukljucenih izvora paljenja (primjer:
otvoreni plamen, ukljuceni plinski uredaj ili ukljuceni elektri¢ni grijac) i koja ima dolje
navedenu velicinu prostora.

OBAVUEST
= NEMOJTE ponovo koristiti spojeve koji su vec bili koristeni.

= Spojevi u instalaciji napravljeni izmedu dijelova rashladnog sustava trebaju biti
dostupni u svrhu odrzavanja.

UPOZORENIJE

Sa sigurnoscu utvrdite da su instalacija, servisiranje, odrzavanje i popravci u skladu s
uputama iz Daikin i s vazeé¢im zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim
pravilnikom za plinove) i da su ih izvrsili samo ovlastene osobe.

UPOZORENIJE
Uredaj treba biti pohranjen tako da se sprije¢i mehanicko ostecenje i u dobro

Minimalne udaljenosti instalacije

OBAVIJEST
= Cjevovod mora biti zasticen od fizickog ostecenja.

= |nstalacija cjevovoda mora biti minimalne duljine.

UPOZORENIJE
Ako uredaj sadrzi rashladno sredstvo R32, tada povrsina poda prostorije u kojoj se

uredaj postavlja, radi i sprema MORA biti veca od minimalne povrsine poda
definirane u donjoj tablici A (m?). To se odnosi na:

= Unutarnje jedinice bez osjetnika za curenje rashladnog sredstva; kod unutarnje
jedinice sa osjetnikom za curenje rashladnog sredstva, pogledajte Prirucnik za
postavljanje

* Vanjske jedinice postavljene ili pohranjene u zatvorenom prostoru (primjerice:
zimski vrt, garaza, strojarnica)

= Cjevovod u neprovjetravanim prostorima

Odredivanje minimalne povrsine poda

1 Odredite ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu (= tvornicko

punjenje rashladnog sredstva @ + @ kolicina dodatnog punjenja).

M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
o- o

(2]
|‘. 9 90+0- kg
GWP x kg _|
Ld 000 | tCO,eq

2 Odredite koji graf ili tablicu Zelite upotrijebiti.

GWP: xxx
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1 | Opce mjere opreza

= Za unutarnje jedinice: Je li uredaj postavljen na strop, zid ili stoji na podu?
» Za vanjske jedinice postavljene ili spremljene u zatvorenom prostoru, i
cjevovode u neprovjetravanim prostorijama, to ovisi o visini postavljanja:

Ako je visina postavljanja... Tada koristite graf ili tablicu za...
<1,8m Jedinice koje stoje na podu
1,8<x<2,2 m Jedinice postavljene na zid
>2,2m Jedinice postavljene na strop

3 Koristite graf ili tablicu da odredite minimalnu povrsinu poda.
Amin (mz)

p,
N U ©

330 &

&
N0,
Saryy:

)\’\\\‘ ——
0 Wall-? ouned o —
— — |

e
- R € :
20 1 5iing-moun

10 : | — ——

1822026 3 |34[38]42/46| 5 |54/58(62/66|7 |74]|78
12024 28 32 38 44 48 52 58 64 68 72 76 8om (kg)
1843 7956
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1 | Opcée mjere opreza

1.2.3 Rashladno sredstvo

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A_, (m?)  m(kg)—A_ (m?) m(kg)—A_ (m?)

<1.842—— <1.842 —— <1.842——

1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24—4.74 24—5.79 24—490
26—5.13 2.6—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0——8.51 3.0—76.6
3.2—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 36—123 3.6—110
3.8——9.14 3.8—13.7 3.8—123
4.0——10.1 4.0—15.1 40—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44——123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 5.2——230
54—185 54—27.6 54——248
5.6——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——21.3 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4——259 6.4——38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6 —41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2—441
7.4——34.7 74—51.8 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8——57.5 7.8——518

7.956 ——40.1 7.956——59.9 7.956——539

A

m  Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu

mn  Minimalna povrsina poda

(a) Ceiling-mounted unit (= Jedinica postavljena na strop)
(b) Wall-mounted unit (= Jedinica postavljena na zid)

(c) Floor-standing unit (= Jedinica koja stoji na podu)

Ako je primjenjivo. Za vise informacija pogledajte prirucnik za postavljanje ili
referentni vodic¢ za instalatera uredaja.

OBAVUIEST

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava vaze¢im zakonima. U
Europi vrijedi standard EN378.

OBAVUEST

Pazite da vanjske cijevi i prikljucci NE BUDU izloZeni naprezanju.

UPOZORENJE

Tijekom testiranja NIKAD proizvod ne izlaZite tlaku visem od maksimalnog
dopustenog (kao $to je naznaceno na nazivnoj plocici jedinice).

> B o ©

UPOZORENJE

U slucaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuc¢e mjere opreza. Ako
rashladni plin curi, odmah prozracite prostor. Moguci rizici:

® Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenoj prostoriji moze
prouzrociti manjak kisika.

= Ako rashladni plin dode u kontakt s vatrom, moZe nastati otrovni plin.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B

Daikin klima uredaj
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1 | Opce mjere opreza

A2

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Prepumpavanje — Curenje rashladnog sredstva. Ako Zelite prepumpati sustav, a
postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom mozZete sve
rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. Moguéa posljedica:
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom
rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.

UPOZORENJE

UVIEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NE ispustajte ih izravno u okolis. Za
vakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumsku sisaljku.

OBAVUJEST

Nakon prikljucivanja svih cijevi provjerite ne curi li negdje plin. Za detekciju istjecanja
plina upotrijebite dusik.

OBAVUEST

® Da se izbjegne prekid rada kompresora, NEMOJTE puniti rashladno sredstvo
preko navedene kolicine.

® Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim sredstvom se MORA postupati u
skladu s vaze¢im propisima.

> © o P

UPOZORENIJE

U sustavu ne smije biti kisika. Rashladno sredstvo moze se puniti tek nakon testa
curenja i vakuumskog isusivanja.

Moguca posljedica: samozapaljenje i eksplozija kompresora jer kisik odlazi u
kompresor koji radi.

= Ako je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnu plocicu na jedinici.
Nazivna plocica sadrZi tip i potrebnu koli¢inu rashladnog sredstva.

= Ova jedinica tvornicki je napunjena rashladnim sredstvom. Ovisno o veliCini i
duljini cijevi neki sustavi zahtijevaju dodatno punjenje rashladnog sredstva.

= Upotrebljavajte alate iskljucivo za vrstu rashladnog sredstva koja se rabi u sustavu
kako biste osigurali otpor tlaka i sprijecili ulazak stranih tvari u sustav.

= Tekuce rashladno sredstvo punite na sljededi nacin:

Ako Tada

Postoji sifonska cijev

(tj. na cilindru je oznaka "opremljen
sifonom za punjenje tekucine")

Punite tako da je cilindar u uspravnom

polozaju.

NEMA sifonske cijevi Punite tako da je cilindar okrenut
naopako.
Referentni vodic za instalatera 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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1 | Opcée mjere opreza

= Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.

= Napunite tekuéim rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u plinovitom obliku
moglo bi onemoguditi ispravan rad.

>

OPREZ

Pri dovrsetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u stanci, odmah zatvorite
ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak
moZe napuniti dodatno rashladno sredstvo. Moguéa posljedica: Pogresna kolic¢ina
rashladnog sredstva.

1.2.4 Slanavoda

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za postavljanje ili
referentni vodic za instalatera uredaja.

UPOZORENJE

Odabir slane vode MORA biti u skladu s vazec¢im propisima.

UPOZORENIJE

U slucaju istjecanja slane vode poduzmite odgovarajuce mjere opreza. Ako slana
voda istjece, odmah prozracite prostor i obratite se svom lokalnom dobavljacu.

UPOZORENIJE

Temperatura u okolini unutar jedinice moZe postati puno veca od sobne
temperature, npr. 70°C. U slucaju istjecanja slane vode, vrudi dijelovi unutar jedinice
mogu dovesti do opasne situacije.

> B PP

UPOZORENIJE

Upotreba i instalacija uredaja MORA biti u skladu sa sigurnosnim mjerama opreza i
mjerama za zastitu okolisa utvrdenima primjenjivim propisima.

1.2.5 Voda

Ako je primjenjivo. Za vise informacija pogledajte priru¢nik za postavljanje ili
referentni vodi€ za instalatera uredaja.

®

OBAVUEST

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa EU Direktivom 98/83 EZ.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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1.2.6 Elektricno

/N

OPASNOST: RIZIK OD STRUINOG UDARA SA SMRTNIM
POSLIEDICAMA

= Potpuno iskljucite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja
bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja elektricnih dijelova.

= Prije servisiranja odspojite napajanje, pricekajte vise od 1 minute pa izmjerite
napon na stezaljkama elektricnog kondenzatora glavnog strujnog kruga ili
elektricnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli
dodirnuti elektricne komponente. Lokaciju stezaljki potrazite u shemi ozicenja.

* NE dodirujte elektricne komponente mokrim rukama.

= NE ostavljajte jedinicu bez nadzora kada je s nje uklonjen servisni poklopac.

A

UPOZORENIJE

Ako NIE tvornicki ugraden, u fiksno ozicenje MORA se ugraditi glavni prekidac ili
drugi uredaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim
polovima, ¢ime se jamci potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju Ill.

A

UPOZORENIJE
= Upotrebljavajte SAMO bakrene Zice.
= Uvjerite se da je vanjsko ozicenje u skladu s vaze¢im zakonima.

= Sva ozi¢enja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom oZicenja koja se
isporucuje s proizvodom.

= NIKADA ne stiscite visezilne kabele te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s
cijevima i ostrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priklju¢ne
stezaljke.

= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte uredaj na vodovodnu cijev,
stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje moze
prouzroditi strujni udar.

® Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s
nekim drugim uredajem.

® Provjerite jeste li postavili potrebne osigurace ili prekidace strujnog kruga.

* Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja. Propustajuéi da to ucinite
moZzete uzrokovati udar struje ili pozar.

= Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s
inverterom (otporna na elektricne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.

OPREZ

Prilikom spajanja elektricnog napajanja, spoj na uzemljenje mora biti izveden prije
spajanja na napon. Kod odvajanja voda elektri¢cnog napajanja, spojevi pod naponom
se moraju rastaviti prije rastavljanja spoja na uzemljenje. Duljina vodi¢a izmedu
sidrenja elektricnog napojnog kabela i same redne stezaljke mora biti takva da se
vodici pod naponom zategnu prije vodic¢a uzemljenja u slucaju da se naponski vodic
izvucCe iz obujmice sidrenja.

Referentni vodic za instalatera
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OBAVUEST
Mijere opreza prilikom postavljanja oZi¢enja napajanja:
N N
( J{J eon @

= NEMOJTE povezivati oZicenje razlicitih debljina s rednim stezaljkama (labavi
dijelovi u oZicenju napajanja mogu prouzrociti neuobicajenu toplinu).

= Kada spajate zice koje su iste debljine, Cinite to kako je prikazano na gornjoj slici.

= Za ozicenje upotrijebite namjensku Zicu napajanja i dobro pricvrstite, a zatim
osigurajte kako izvodna ploca ne bi bila pod vanjskim pritiskom.

= Za pric¢vrsc¢ivanje vijaka izvoda upotrijebite odgovarajuci odvijac. Vijak s malom
glavom ostetit ¢e glavu pa odgovarajuce zatezanje nece biti moguce.

® Prekomjernim zatezanjem terminalnih vijaka moZzete ih ostetiti.

UPOZORENIJE
= Po zavrsetku radova na elektrici provjerite jesu li sve elektricne komponente i

prikljucak u kutiji s elektri¢nim dijelovima dobro spojeni.

= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja jedinice.

OBAVIJEST
Postavljanje je moguce samo ako je napajanje trofazno, a kompresor se moze

ukljuciti, odnosno iskljuciti.

Ako postoji mogucnost reverzne faze nakon kratkotrajnog nestanka struje te
ponovnog ukljuCivanja napajanja tijekom rada uredaja, krug zastite reverzne faze
prikljucite lokalno. Rad uredaja u reverznoj fazi moze pokvariti kompresor i druge
dijelove.

FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
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2 O dokumentaciji

2.1 O ovom dokumentu

INFORMACUE

Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je ¢uva za buducu
upotrebu.

i @

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri

INFORMACUE

[

l Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane strucnjaka ili obucenih korisnika u
trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaca:
= Opce mjere opreza:
- Sigurnosne upute koje MORATE procitati prije postavljanja
- Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
= Prirucnik za postavljanje unutarnje jedinice:
- Upute za postavljanje
- Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
= Referentni vodic za instalatera:
- Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci,...

- Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronadi na regionalnim
internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraZiti od trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi.

Tehnicko-inzinjerski podaci
= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim Daikin
internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehnickih podataka dostupan je na Daikin Business Portal
(potrebna autentikacija).

2.2 Pregled referentnog vodicCa za instalatera

Poglavlje Opis

Opce mjere opreza Sigurnosne upute koje MORATE procitati prije
postavljanja

O dokumentaciji Koja dokumentacija postoji za instalatere

O pakiranju Kako raspakirati uredaj i ukloniti njegov pribor

Referentni vodic za instalatera
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Poglavlje Opis

O jedinici = Raspored sustava

= Raspon rada

Priprema Sto treba uciniti i znati prije odlaska na mjesto
ugradnje
Postavljanje Sto treba uciniti i znati da biste instalirali sustav
Konfiguracija Sto treba udiniti i znati da biste nakon
instaliranja konfigurirali sustav
Pustanje u rad Sto treba udiniti i znati da biste sustav pustili u
rad nakon sto je konfiguriran
Uruciti korisniku Sto dati i objasniti korisniku
Zbrinjavanje otpada Kako zbrinjavati otpisani sustav
Tehnicki podaci Tehnicki podaci sustava
Tumac pojmova Definicija izraza
FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
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3 O pakiranju

3.1 Pregled: O pakiranju

U ovom poglavlju opisano je S$to trebate uciniti nakon donosSenja paketa s
unutarnjom jedinicom na mjesto za ugradnju.

Daje informacije o:

= Raspakiranje i rukovanje jedinicom
= Vadenje pribora iz jedinice

Imajte na umu sljedece:

= Prilikom isporuke jedinica MORA biti pregledana zbog oSteéenja. Svako ostecenje
MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu $to blize mjestu konacnog postavljanja da bi se
sprijecilo oStecenje prilikom transporta.

= Kod rukovanja uredajem, treba uzeti u obzir slijedece:

|1| Lomljivo, pazljivo rukujte uredajem.

Drzite uredaj uspravno, da se izbjegne osStecenje.

= Priredite unaprijed putanju po kojoj ¢e se jedinica unijeti.

3.2 Unutarnja jedinica

INFORMACIE

[ ]
l Sljedece ilustracije su samo primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi
vaseg sustava.

3.2.1 Zaraspakiravanje unutarnje jedinice

Referentni vodic za instalatera |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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3.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice

1 Uklonite pribor koji se nalazi na dnu paketa.

a b ¢ d e
1% 1% 2% 2%

1%

4

(@

Priru¢nik za postavljanje

Prirucnik za rukovanje

Opce mjere opreza

Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni esti¢ni filtar (samo za FTXP)

Vijak za pri¢vrs¢ivanje nutarnje jedinice (M4x12L). Pogledajte odlomak "6.6.3 Ucvrséenje jedinice na plocu
za postavljanje" [»39].

AAA.LRO3 baterije sa suhim punjenjem (alkalne) za korisnicko sucelje

Drzac korisnic¢kog sucelja

Korisnicko sucelje

Noseca ploca

mQn T QO

- .
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4 O jedinici

i’i UPOZORENIJE: ZAPAUIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

4.1 Raspored sustava

OBAVUEST
Oblikovanje sustava se ne smije obavljati na temperaturama ispod —15°C.

Unutarnja jedinica

Pristupni poklopac

Filtar za zrak

Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni esti¢ni filtar (samo za FTXP)
Cijev za rashladno sredstvo, cijev za kondenzat i kabel za povezivanje jedinica
Izolacijska traka

-0 Q0 T O

4.2 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijede¢em rasponu
temperature i vlaznosti.

Nacin rada Raspon rada
Hladenje®®! = Vanjska temperatura: —10~46°C DB
= Unutarnja temperatura: 18~32°C DB

= Unutarnja vlaga: <80%

Grijanje® = Vanjska temperatura: —15~24°C DB
= Unutarnja temperatura: 10~30°C DB

Sugenje® = Vanjska temperatura: —10~46°C DB
= Unutarnja temperatura: 18~32°C DB

= Unutarnja vlaga: <80%

@ Sigurnosni uredaj moze zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog

opsega.
©) Moze se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog
opsega.
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5 Priprema

5.1 Pregled: Priprema

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati prije odlaska na mjesto postavljanja.

Daje informacije o:

= Priprema mjesta ugradnje

= Priprema cjevovoda za rashladno sredstvo

= Priprema elektri¢nog oZi¢enja

5.2 Priprema mjesta ugradnje

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se ¢esto upotrebljavaju za rad. U slucaju
gradevinskih radova (npr. brusenje), pri kojima se stvara dosta prasine, jedinicu se
MORA pokriti.

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donoSenje i odnoSenje
jedinice s mjesta.

A

UPOZORENJE

Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno ukljucenih izvora paljenja
(primjer: otvoreni plamen, ukljuceni plinski uredaj ili ukljuceni elektri¢ni grijac).

5.2.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice

i

INFORMACUE

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u poglavlju "Opce mjere opreza".

i

INFORMACIJE
Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

= Protok zraka. Sa sigurnoscu utvrdite da nista ne ometa protok zraka.

= Odvod kondenzata. Uvjerite se da kondenzirana voda moze slobodno otjecati.

= Izolacija zida. Kada temperatura zida premasuje 30°C i kada je relativna vlaznost
zraka veca od 80%, ili ako se svjeZi zrak dovodi u zid, potrebna je dodatna
izolacija (polietilenskom pjenom debljine najmanje 10 mm).

= Cvrstoca zida. Provjerite je li zid ili strop dovoljno €vrst da podnese teZinu
uredaja. Ako postoji opasnost, pojacajte zid ili pod prije instalacije jedinice.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste sprijecili
smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 3 metra mozda NECE biti dovoljna.

= Odaberite mjesto na kojem vruéi/hladni zrak koji izlazi iz jedinice ili buka tijekom
rada, NECE nikome smetati.

= Fluorescentna rasvjeta. Kada instalirate beZi¢no korisni¢ko sucelje u prostoriji s
fluorescentnom rasvjetom, vodite racuna o slijedecem da se izbjegnu smetnje:

- Postavite beZi¢no korisnicko sucelje Sto je mogude blize unutarnjoj jedinici.

- Unutarnju jedinicu postavite Sto je dalje moguce od fluorescentne rasvjete.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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NE preporucujemo postavljanje jedinice na sljedeca mjesta jer time mozete skratiti
vijek trajanja jedinice:

= Gdje napon mnogo varira

= U vozilimaili plovilima

= Gdje ima kiselih ili luznatih para

= Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja,
rasprsene Cestice ili pare. Plasticni dijelovi se mogu ostetiti i prouzroditi
procurivanje vode.

= Na mjestima gdje jedinica nije izloZena izravhom sunéevom svjetlu.

= U kupaonice.

= Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavace sobe), kako vas buka rada jedinice
ne bi ometala.

A

UPOZORENJE

NEMOIJTE stavljati ispod unutrasnje i/ili vanjske jedinice nista sto bi se moglo smociti.
U protivhom, kondenzacija na jedinici ili rashladnim cijevima, necistoca filtra za zrak
ili zacepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smociti ili ostetiti predmete koji se
nalaze ispod.

= Udaljenosti. Postavite jedinicu najmanje 1,8 m od poda i imajte na umu sljedece
zahtjeve u pogledu udaljenosti od zidova i stropa:

o
5¢
Al

s N\

=50 250

(mm)

5.3 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

5.3.1 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva

i

INFORMACIE

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u poglavlju "Opce mjere opreza".

®

OBAVUEST

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom moraju biti prikladni za dano rashladno sredstvo.
Koristite besavne bakrene cijevi za rashladno sredstvo, deoksidirane fosfornom
kiselinom.

= Koli¢ina stranih materijala unutar cijevi (ukljucujuci ulja iz proizvodnje) smije biti
<30 mg/10 m.

Promijer cijevi rashladnog sredstva

Upotrijebite iste promjere kao za spojeve na vanjskim jedinicama:

Klasa L1 cijev tekucine L1 cijev plina
20~35 ?6,4 ?9,5
50~71 @6,4 @12,7
Referentni vodic za instalatera 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Materijal cijevi rashladnog sredstva
= Materijal cijevi: BeSavne bakrene deoksidirane fosfornom kiselinom.
= Spojevi holender maticom: Koristite samo nekaljeni materijal.
= Stupanj tvrdoce i debljina stjenke cijevi:

Vanjski promjer (@) | Stupanj tvrdoce Debljina (t)*®
6,4 mm (1/4") Napusteno (O) >0,8 mm g

b t
9,5 mm (3/8") @k

12,7 mm (1/2")

@ Qvisno o vazedim propisima i maksimalnom radnom tlaku jedinice (vidi "PS High"
na nazivnoj plocici jedinice), moze biti potrebna veca debljina cijevi.

5.3.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

= Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:
- s toplinskom propusnosti izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
- Cija toplinska otpornost je najmanje 120°C

= Debljina izolacije

Vanjski promjer cijevi (@,) Unutarnji promjer Debljina izolacije (t)
izolacije (@,)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
PSS

Ako je temperatura visa od 30°C, a vlaga viSa od 80%, debljina materijala za

izolaciju treba biti najmanje 20 mm kako bi se sprijecila kondenzacija na povrsini
izolacije.

5.4 Priprema elektricnog ozi¢enja

5.4.1 O pripremi elektri¢cnog oZi¢enja

INFORMACUE

i

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u poglavlju "Opce mjere opreza".
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é UPOZORENIJE
= Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogresna, moglo bi doci do kvara na opremi.

= Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev,
stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje moze
prouzrociti strujni udar.

= Postavite potrebne osigurace ili prekidace.

= Elektricno ozicenje ucvrstite kabelskim vezicama tako da kabeli NE dodu u kontakt
s ostrim rubovima ili cijevima, osobito na strani visokog tlaka.

* NE upotrebljavajte obloZene Zice, upletene Zice vodica, produzne kabele ili
prikljucke sa zvjezdastog sustava. Mogu prouzrociti pregrijavanje, strujni udar ili
pozar.

* NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, budu¢i da je ova jedinica
opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit ¢e performanse i
moze prouzroCiti nezgode.

UPOZORENIJE
= Sve radove oko ozZicenja MORA izvrsiti ovlasteni elektricar i MORAJU biti u skladu

s vazec¢im zakonima.
= Elektricne prikljucke spojite na fiksno oZicenje.

= Sve lokalno nabavljene komponente i svi elektri¢ni radovi MORAJU biti u skladu s
vazedim zakonima.

UPOZORENIJE
Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni kabel.
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6 Instalacija

6.1 Pregled: Postavljanje

Ovo p

oglavlje opisuje S$to trebate uciniti i znati na mjestu ugradnje da biste

instalirali sustav.

Uobicajeni tijek rada

Instala

Po

Pu
Sp

00 N OO Ul AW N

cija se tipi¢no sastoji od sljededih faza:

MontaZa vanjske jedinice.

stavljanje unutarnje jedinice.

Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo.
Provjera cjevovoda rashladnog sredstva.

njenje rashladnog sredstva.
ajanje elektri¢nog ozicenja.

ZavrSavanje vanjske instalacije.
ZavrSavanje unutarnje instalacije.

i

INFORMACUE

Za instaliranje vanjske jedinice (vjesanje vanjske jedinice, spajanje rashladnog

cjevovoda na vanjsku jedinicu, punjenje rashladnog sredstva, prikljucivanje
elektricnih vodova na vanjsku jedinicu...), vidi priruc¢nik za postavljanje vanjske
jedinice.

6.2 Otvaranje unutarnje jedinice

6.2.1 Kako skinuti prednju plocu

1 U

2 S

hvatite prednju plocu za jezi¢ce s obje strane i otvorite je.

a Jezicciploce

kinite prednju plocu klizudi je lijevo ili desno i vukuci prema sebi.

Rezultat: Osovina prednje ploce na strani 1 ¢e se odvojiti.

3 Naisti nacin odvojite osovinu prednje ploce na drugoj strani.

a Osovina prednje ploce

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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6.2.2 Kako prednju plocu vratiti na mjesto

1 Pricvrstite prednju reSetku. Poravnajte osovine s utorima i gurnite ih do kraja
unutra.

2 Polako zatvorite prednji panel; pritisnite na obje strane i u sredini.

6.2.3 Kako skinuti prednju resetku

OPREZ
Nosite odgovaraju¢u osobnu zaStitnu opremu (zastitne rukavice, sigurnosne

naocale...) prilikom instalacije, odrzavanja ili servisiranja sustava.

1 Uklonite prednju ploc¢u kako biste izvadili filtar za zrak.
2 Uklonite 2 vijka (klasa 20~35) ili 3 vijka (klasa 50~71) sa prednje resetke.

3 Gurnite dolje 3 gornje kuke oznacene simbolom sa 3 kruga.

a Gornja kuka
b Simbol sa 3 kruga

4 Preporucujemo otvaranje krilca prije uklanjanja prednje resetke.

5 Postavite obje ruke pod sredinu prednje resSetke, gurnite ju prema gore i zatim
povucite prema sebi.

6.2.4 Kako prednju resetku vratiti na mjesto

1 Postavite prednju resetku i dobro zakvacite 3 gornje kuke.
2 Stavite 2 vijka (klasa 20~35) ili 3 vijka (klasa 50~71) nazad na prednju resetku.
3 Postavite filtar za zrak i zatvorite prednju plocu.

6.2.5 Kako ukloniti poklopac kutije s elektri¢nim Zicama

Skinite prednju resetku.
Uklonite 1 vijak s poklopca razvodne kutije.

Otvorite poklopac razvodne kutije povlacenjem dijela koji strsi na vrhu
poklopca.

4 Otkopcajte jezicac na donjoj strani i uklonite poklopac kutije.
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a Jezicac
b Dio koji strsi na vrhu poklopca
c Vijak

5 Zavradanje poklopca na mjesto, prvo zakopcajte donji jezi¢ac na kutiju, i klizno
gurnite poklopac u 2 gornja jezicca.

6.2.6 Kako otvoriti pristupni poklopac

1 Uklonite 1 vijak sa servisnog poklopca.

2 Pristupni poklopac izvucite vodoravno iz jedinice.
a b

—F

a Vijak pristupnog poklopca
b Servisni poklopac

6.3 Postavljanje unutarnje jedinice

6.3.1 Mjere opreza kod postavljanja unutarnje jedinice

INFORMACUE

°
l Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedec¢im poglavljima:

* Opce mjere opreza

® Priprema

6.3.2 Postavljanje nosece ploce

1 Postavite nosecu plocu privremeno.

2 Nivelirajte nosecu ploc¢u da ne stoji koso.
Oznadite srediSta tocaka buSenja na zidu koristeéi metar. Kraj metra poloZite
uz oznaku ">".

4 Zavrsite postavljanje ucvrséivanjem nosece ploce na zid pomodu vijaka
M4x25L (lokalna nabava).

FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
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INFORMACUE

Skinuti poklopac cijevnog prikljucka moze se drzati u dZzepu na nosecoj ploci.

i @

A
a b c a c a
N = o =
117 > Y T 116.5
@ d d
N
0 ‘, B Te)
< <
3 \/ N\ [ )13
e(D /a7 NOT
48_| . 48
| |
(mm)
B
w0
(o]
N
A Noseca ploca za razred 20~35
B Noseca ploca za razred 50~71
a Preporucene tocke za fiksiranje nosece ploce
b  DZep za poklopac prikljucka cijevi
¢ Jezicci za polaganje libele
d Rupa kroz zid 65 mm
e Polozaj cijevi za kondenzat
f Metar poloZite uz oznaku ">"
g Krajcijevi za plin
h  Kraj cijevi za tekucinu
6.3.3 BusSenje rupe u zidu
OPREZ
Kod zidova koji sadrze metalne okvire ili metalnu plocu, primijenite cijevi uloZzene u
zid i zidni poklopac za otvor kroz koji prolazi cijev kako biste sprijecili moguce
zagrijavanje, udar struje ili pozar.
OBAVUEST
Otvore oko cijevi svakako zabrtvite pomocu materijala za brtvljenje (lokalna nabava),
kako biste sprijecili procurivanje.
1 Izbusite u zidu rupu za provladenje od 65 mm s nagibom na dole prema
vanjskoj strani.
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2 Kroz rupu provucite cijev koja ide u zid.

3 Umetnite zidni poklopac za cijev koja ide u zid.

o)

S

b a (mm)
a Cijev uloZena u zid
b Kit
¢ Poklopac rupe u zidu

4 Po dovrsetku postavljanja cjevovoda za rashladno sredstvo, ozZicenja i
cjevovoda za kondenzat, NEMOJTE zaboraviti zabrtviti Supljine oko cijevi
kitom.

6.3.4 Uklonite poklopac prikljucka za cijev
Za spajanje cijevi na desnoj strani, desno dolje, lijevoj strani ili lijevo dolje, MORATE
ukloniti poklopac prikljucka za cijev.

1 |IzreZite pokrov otvora za cijev s nutarnje strane prednje reSetke pomocu
rezbarske pile.

OBAVUEST
NEMOJTE koristiti Skare za skidanje pokrova otvora cijevi jer ¢e to ostetiti prednju

resetku.

6.3.5 Priprema odvoda kondenzata

Uvjerite se da kondenzirana voda moze slobodno otjecati. To obuhvada:
= Opce smjernice
= Spajanje cjevovoda za kondenzat na unutarnju jedinicu

= Provjera ima li curenja vode
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Opce smjernice
= Duljina cijevi. Neka cjevovod bude Sto je moguce kraci.

= Dimenzija cijevi. Ako je potrebno produljiti crijevo ili ugradeni cjevovod za

kondenzat, upotrijebite odgovarajuce dijelove u skladu s prednjim krajem crijeva.
| 9

-

Q

OBAVIJEST
= Postavite crijevo za kondenzat s nagibom prema dolje.

= Uljni sifoni NISU dopusteni.

= Nikada NE stavljajte kraj crijeva u vodu.

* ProduZno crijevo za kondenzat. Kod produljivanja crijeva za kondenzat,

upotrijebite kupovno crijevo nutarnjeg promjera @16 mm. Svakako NEMOJTE
zaboraviti toplinski izolirati dio produznog crijeva koje je u prostoriji.

a ©
‘ Q

a

Crijevo za kondenzat isporuceno s unutarnjom jedinicom
b Cijev za toplinsku izolaciju (nije u isporuci)
¢ Produzno crijevo za kondenzat
= Kruta cijev od polivinila. Kada spajate krutu cijev od polivinila (nazivnog
promjera @13 mm) izravno na crijevo za kondenzat kao uloZeni cjevovod,
upotrijebite lokalno nabavljen izljevni naglavak (nazivnog promjera @13 mm).
a @ b c
3 | |
) S (D T (L
a Crijevo za kondenzat isporuc¢eno s unutarnjom jedinicom

b Izljevni naglavak nazivnog promjera @13 mm (lokalna nabava)
¢ Kruta cijev od polivinila (lokalna nabava)

= Kondenzacija. Poduzmite mjere protiv kondenzacije. Izolirajte sve cijevi za odvod
kondenzata unutar zgrade.

1 Umetnite crijevo za kondenzat u odvodnu cijev kao $to je prikazano na
slijedecoj slici, da se NE Bl izvuklo iz cijevi za odvod.

| O

=50

| mm
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Spajanje cjevovoda na desnu stranu. ravno otraga ili ravno dolje

INFORMACUE

Tvornicki je cjevovod predviden na desnoj strani. Za cjevovod na lijevoj strani,
uklonite cjevovod sa desne strane i postavite ga na lijevu stranu.

i

1 Udvrstite crijevo za odvod kondenzata ljepljivom plasticnom trakom za donje
cijevi za rashladno sredstvo.

2 Crijevo za odvod kondenzata omotajte izolacijskom trakom zajedno s cijevima
rashladnog sredstva.

Desni cjevovod bocno

Cjevovod desno prema dolje

Cjevovod desno prema natrag

Skinite ovdje pokrov otvora za desni cjevovod

Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod desno dolje

To 0>

Spajanje cjevovoda na lijevu stranu. lijevo otraga ili lijevo dolje

INFORMACUE

Tvornicki je cjevovod predviden na desnoj strani. Za cjevovod na lijevoj strani,
uklonite cjevovod sa desne strane i postavite ga na lijevu stranu.

i

1 Uklonite vijak za drZanje izolacije na desnoj strani i uklonite crijevo za
kondenzat.

2 Izvadite izljevni Cep s lijeve strane i umetnite ga u ispust na desnoj strani.

OBAVUEST
Kod umetanja odvodnog c¢epa, NEMOIJTE upotrebljavati ulje za podmazivanje

(rashladno ulje). Primjena ulja moZze izobliciti Cep i uzrokovati curenje.

E\W%
— ¥

a  Sestobridni klju¢ - 4 mm

3 Umetnite crijevo za kondenzat na lijevu stranu i ne zaboravite ga stegnuti
vijkom za fiksiranje; inace bi moglo dodi do curenja.
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a  Vijak za pri¢vrsc¢ivanje izolacije
b Cijev za odvod kondenzata

4 Pri¢vrstite crijevo za kondenzat s donje strane cjevovoda za rashladno
sredstvo pomocu ljepljive plasti¢ne trake.

Lijevi cjevovod boc¢no

Lijevi cjevovod straga

Lijevi cjevovod prema dolje

Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod na lijevoj strani
Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod lijevo dolje

To O0W>

Za provjeru curenja vode
1 Skinite filtre za zrak.

2 Postepeno dodajte priblizno 1 | vode u pliticu za kondenzat i provjerite da
nema curenja.

6.4 PrikljuCivanje cjevovoda rashladnog sredstva

6.4.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo

Prije spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo

Utvrdite da su vanjska i unutarnja jedinica postavljene.
Uobicajeni tijek rada

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaca:

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na unutarnju jedinicu
= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu

= |zoliranje cijevi rashladnog sredstva
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= Drzite na umu smjernice za:

- Savijanje cijevi

- Sirenje zavrietaka cijevi

- Koristenje zapornih ventila

6.4.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva

INFORMACUE
Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedecim poglavljima:
® Opce mjere opreza

= Priprema

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

OPREZ
= Upotrijebite holender maticu pricvrs¢enu uz jedinicu.

= Za sprjecavanje istjecanja plina, rashladno ulje nanesite samo na unutarnju
povrsinu prosirenja. Upotrijebite rashladno ulje za R32.

*= NEMOJTE ponovo koristiti spojeve.

OPREZ
= NEMOJTE koristiti mineralna ulja na prosirenom dijelu cijevi.

* Da se zajamci vijek trajanja, NIKADA uz ovu R32 jedinicu nemojte ugraditi susilo.
Materijal za isuSivanje se moze otopiti i ostetiti sustav.

© B PP

OBAVUEST
Uzmite u obzir slijede¢e mjere kod cjevovoda rashladnog sredstva:

" |zbjegavajte da u rashladni krug ude bilo Sto (npr. zrak) osim predvidenog
rashladnog sredstva.

= Kada dodajete rashladno sredstvo upotrijebite samo R32.

* Kod instalacije koristite samo one alate (npr. manometar razvodnika) koji se
upotrebljavaju iskljucivo za instalacije R410A i podnose tlak kako bi sprijecili
ulazak stranih tvari (npr. mineralnih ulja i vlage) u sustav.

= Cjevovod treba postaviti tako da prosirenje na kraju cijevi NIJE izloZzeno
mehanickom naprezanju.

= Zastitite cjevovod kako je opisano u slijedecoj tablici da sprijeCite ulazak
necistoca, tekucine ili prasine u cijev.

= Pri postavljanju bakrenih cijevi kroz zidove potreban je velik oprez (vidi sliku
dolje).

- X o
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Jedinica Razdoblje postavljanja Nacin zastite
Vanjska jedinica >1 mjesec Pricvrstite cijev
<1 mjesec Pricvrstite cijev ili je
Unutarnja jedinica Bez obzira na razdoblje spojite trakom
° INFORMACIJE
l NE OTVARAITE zaporni ventil rashladnog sredstva prije provjere cijevi rashladnog

sredstva. Trebate li dodati rashladno sredstvo, nakon dodavanja preporucuje se
otvaranje zapornog ventila rashladnog sredstva.

6.4.3 Smjernice pri spajanju rashladnog cjevovoda

Prilikom spajanja cijevi imajte na umu sljedec¢e smjernice:

= Prilikom postavljanja reduciraju¢e navojne matice unutarnju stranu prosirenja
premazite eterskim ili esterskim uljem. Prije nego Sto je Cvrsto pritegnete,
zakrenite je 3 do 4 puta rukom.

’
; |
— \
S L) N

'
i
T
\

= Pri otpustanju holender matice UVIJEK upotrijebite 2 kljuca zajedno.

= Prilikom spajanja cijevi, za pritezanje holender matice UVIJEK zajedno
upotrijebite vilicasti i momentni kljuc. Time cete sprijeciti oStecenja i propustanje
matice.

a  Moment kljuc¢
b Vilicasti klju¢
¢ Cijevna spojnica
d Holender matica
Dimenzija Moment sile Dimenzije Oblik prosirenja
cjevovoda (mm) stezanja (Nem) holendera (A) (mm)
(mm)

06,4 15~17 8,779,1

?9,5 33~39 12,8~13,2

?12,7 50~60 16,2~16,6

6.4.4 Smijernice za savijanje cijevi

Za savijanje upotrijebite alat za savijanje cijevi. Sva savijanja cijevi trebaju biti Sto
njeznija (polumjer savijanja treba biti 30~40 mm ili vedi).

Referentni vodic za instalatera |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
32 Daikin klima uredaj
4P513661-8H - 2019.12



6 | Instalacija

6.4.5 Za prosirivanje otvora cijevi

OPREZ
* Nepotpuno prosirivanje moze dovesti do ispustanja rashladnog plina.

= NE upotrebljavajte prosirenja visekratno. Upotrijebite nova prosirenja kako biste
sprijecili istjecanje rashladnog plina.

= Upotrijebite matice s prosirenjem koje su isporucene uz jedinicu. Upotreba
drugacijih "holender" matica moZe prouzrociti istjecanje rashladnog plina.

Odrezite kraj cijev rezacem za cijevi.

2 Odstranite srh s odrezanim krajem okrenutim prema dolje tako da komadidi
NE udu u cijev.

a Rezite tocno pod pravim kutovima.
b Uklonite srh.

3 Uklonite holender maticu s protupovratnog ventila i stavite holender maticu
na cijev.
4 Prosirite cijev. Postavite to¢no u polozaj prikazan na sljedecoj ilustraciji.
YA

Alat za prosirivanje za Uobicajeni alat za proSirivanje
R32 (tip Celjusti) Tip spojke (¢eljusti) | Tip s krilnom maticom
(Tip Ridgid) (tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Provjerite da li je prosirenje dobro izvedeno.
a = b

a Unutarnja povrsina prosirenja MORA biti besprijekorna.
b Zavrsetak cijevi MORA biti ravnomjerno prosiren u savrsenom krugu.
¢ Pazite da je stavljena holender matica.

6.4.6 Za prikljucivanje cjevovoda rashladnog sredstva na unutarnju jedinicu

= Duljina cijevi. Neka cjevovod rashladnog sredstva bude Sto je mogucde kradi.

= Spojevi 'holender' maticom. Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo
koristenjem 'holender' spojeva.

= lzolacija. Izolirajte cjevovod za rashladno sredstvo, kabel za meduvezu i crijevo za
kondenzat na unutarnjoj jedinici kako slijedi:
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Cijev za plin

Izolacija cijevi za plin
Kabel za meduvezu

Cijev za tekucinu

Izolacija cijevi za tekucinu
Zavrsna traka

Cijev za odvod kondenzata

OBAVIJEST
Svakako izolirajte sav cjevovod rashladnog sredstva. Svaki neobloZeni dio cijevi moze

uzrokovati kondenzaciju.

| -~ Q0 T O

6.5 Spajanje elektricnog oZicenja

6.5.1 VisSe o spajanju elektri¢cnog oZicenja

Uobicajeni tijek rada

Spajanje elektri¢nog oZi¢enja tipi¢no se sastoji od sljededih faza:

1 Utvrditi odgovara |i sustav elektricnog napajanju elektricnim specifikacijama
jedinica.
Spajanje elektricnog oZi¢enja na vanjsku jedinicu.
Spajanje elektricnog ozZicenja na unutarnju jedinicu.
Spajanje glavnog elektri¢cnog napajanja.

6.5.2 Mjere opreza za spajanje elektriénog oZicenja

INFORMACUE

[ ]
l Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedecim poglavljima:

® Opce mjere opreza

® Priprema

OPASNOST: RIZIK OD STRUINOG UDARA SA SMRTNIM
POSLIEDICAMA

UPOZORENIJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni kabel.

UPOZORENJE

Upotrijebite tip prekidaca s odvajanjem svih polova s najmanje 3 mm raspora izmedu
kontakata, koji pruza potpuno odvajanje pod nadnaponom kategorije II.

UPOZORENIJE

Ako je ostecen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvodac, njegov ovlasteni
servis ili slicne strucne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

UPOZORENIJE

NEMOJTE spajati Zicu napajanja na unutarnju jedinicu. To moZe dovesti do strujnog
udara ili pozara.

> B> BB Db
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UPOZORENIJE
= NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene elektricne dijelove unutar proizvoda.

= Elektricno napajanje crpke za kondenzat, itd., nemojte dovoditi razvodom iz
rednih stezaljki. To moZe dovesti do strujnog udara ili pozara.

UPOZORENIJE
Drzite oZicenje spajanja izmedu jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nemaju

toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti vrlo vruce.

6.5.3 Smjernice za spajanje elektricnog oZi¢enja

Imajte na umu sljedece:

= Ako su posrijedi upletene Zice vodica, na kraj Zice postavite okrugli nelemljeni
prikljuc¢ak. Okrugli prikljuak postavite na Zicu sve do pokrivenog dijela pa ga
pricvrstite odgovarajué¢im alatom.

S

b a

a Upletena Zica vodica

b Okrugli nelemljeni terminal

= Za ugradnju Zica primijenite sljede¢e metode:

Vrsta Zice

Nacin postavljanja

JednoZilna Zica

cb
1
[, !

a Uvijena jednoZilna Zica
b Vijak

¢ Ravna podloska

Upletena Zica vodica s
okruglim nelemljenim
prikljuckom

a Prikljucak
b Vijak

¢ Ravna podloska

O Dopusteno
X NIJE dopusteno

Momenti stezanja

Stavka Moment sile stezanja (Nem)
M4 (X1M) 1,2
M4 (uzemljenje)
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= Zica uzemljenja izmedu rastere¢enja voda i stezaljke mora biti dulja od drugih
Zica.
1-3

&

6.5.4 Specifikacije standardnih komponenti ozZicenja

Komponenta

Kabel za meduvezu (unutarnja<=>vanjska) 4-7ilni kabel 1,5 mm?~2,5 mm?
i primjenjivo za 220~240V

HOSRN-F (60245 IEC 57)

6.5.5 Za spajanje elektricnog ozZicenja unutarnje jedinice

Elektricarski radovi trebaju biti izvedeni u skladu s priru¢nikom za postavljanje te
nacionalnim pravilima o postavljanju elektricnog ozicenja ili prema pravilima
prakse.

1 Namjestite unutarnju jedinicu na kuke nosece ploce. Koristite oznake "A" kao
vodilice.

a Noseca ploca (pribor)
b  Kabel za meduvezu
¢ Vodilica ozZi¢enja

2 Otvorite prednju ploc¢u i zatim pristupni poklopac. Pogledajte odlomak
"6.2 Otvaranje unutarnje jedinice" [» 23].

3 Provedite Zice za povezivanje jedinica od vanjske jedinice kroz rupu u zidu, a
zatim kroz poledinu unutarnje jedinice i kroz prednju stranu.

Napomena: U slucaju da je unaprijed skinuta izolacija sa zavrSetaka Zice za
povezivanje jedinica, pokrijte zavrsetke Zica izolacijskom trakom.

4 Savijte kraj kabela prema gore.

@ OBAVUEST
= Svakako pazite da vod napajanja i vod prijenosa drzite odvojene jedan od drugog.

Vod prijenosa i vod elektricnog napajanja smiju se krizati, ali NE smiju ici
paralelno.

= Da se izbjegnu elektricne smetnje razmak izmedu tih oZicenja treba UVIJEK biti
najmanje 50 mm.

UPOZORENIJE
Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala skloniste malim

Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim dijelovima male Zivotinje mogu izazvati
neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.
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a Redne stezaljke
b Blok s elektri¢nim dijelovima
¢ Kabelska obujmica

Skinite izolaciju sa zavrsetaka Zica priblizno 15 mm.

Uskladite boje Zica sa brojevima na prikljucnici na priklju¢nicama unutarnje
jedinice i ¢vrsto vijcima stegnite Zice na odgovarajuce prikljucke.

Spojite Zicu za uzemljenje na odgovarajucu stezaljku.
Cvrsto pritegnite Zice vijcima rednih stezaljki.

Povucite Zice da provjerite da li su sigurno pri¢vrséene, ucvrstite Zice u drzac.

10 Oblikujte Zice tako da se pristupni poklopac tijesno pristaje, zatim zatvorite

o

pristupni poklopac.

6.5.6 Spajanje opcijskog pribora (zi¢ni daljinski upravljac, sredisnje korisnicko sucelje, bezi¢ni
adapter, itd.)

1 Uklonite poklopac kutije s elektri¢nim Zicama (pogledajte "6.2.5 Kako ukloniti
poklopac kutije s elektricnim zicama" [» 24]).

2 Priklju¢ni kabel spojite na priklju¢nicu S21 i provucite sveZanj kabela kako
prikazuje sljedeca slika.

a Polaganje S21 sveznja kabela za bezi¢ni adapter
b  Polaganje S21 sveznja kabela za druge primjene
¢ S21 prikljucnica

3 Poklopac elektri¢nih Zica vratite na mjesto, i povucite svezanj kablova okolo
kako prikazuje prethodna slika.

FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
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6.6 Dovrsetak postavljanja unutarnje jedinice

6.6.1 Izolirajte cijevi za kondenzat, rashladnog

1 Nakon S$to se zavrsi

sredstva i spojni kabel

spajanje cijevi za kondenzat, rashladno sredstvo i

elektricnog oZi¢enja. Omotajte cijevi rashladnog sredstva, kabel za povezivanje
jedinica i crijevo za kondenzat izolacijskom trakom. Neka traka na svakom
omotaju prelazi najmanje za polovinu Sirine prethodni namotaj.

1/

%/\
OQ)_

Ao

&Le

Cijev za odvod kondenz
Kabel za meduvezu
Noseca ploca (pribor)

Vijak za pri¢vrséivanje n
Donji okvir

-0 O n T O

6.6.2 Provucite cijevi kroz rupu u zidu

Bl

ata

Cjevovod za rashladno sredstvo

utarnje jedinice M4x12L (pribor)

1 Podesite polozZaj cijevi za rashladno sredstvo prema oznacenom putu na ploci

za postavljanje.

——~ 777 7%

7R/ 7 L]

k'-’- S

/ool
iy

Cc c

Ljepljiva plasti¢na vrpca
Izolacijska traka
Noseca ploca (pribor)

oD Qon T O

Cijev za odvod kondenzata
Ovaj otvor zabrtvite kitom ili materijalom za brtvljenje

resetku.

@ OBAVIJEST
= NEMOJTE savijati

= NEMOJTE cijevi rashladnog sredstva prejako pritiskati na donji okvir ili prednju

cijevi rashladnog sredstva.

2 Provedite crijevo za kon

denzat i cijev za rashladno sredstvo kroz zidni otvor.
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6.6.3 Ucvrscenje jedinice na plocu za postavljanje

1 Namjestite unutarnju jedinicu na kuke nosece ploce. Koristite oznake "A" kao
vodilice.

2 Pritisnite s obje ruke donji okvir jedinice da ga namjestite na donje kuke na
nosecoj ploci. Pazite da Zice nigdje NE BUDU zgnjecene.

Napomena: Pazite da kabel medusobnog povezivanja NE zahvati unutarnju

jedinicu.

3 Pritisnite s obje ruke donji rub unutarnje jedinice tako da ga C¢vrsto uhvate
kuke na nosecoj ploci.

4 Ucvrstite unutarnju jedinicu na nosecu plocu sa 2 vijka za ucvricenje unutarnje
jedinice M4x12L (pribor).
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7 Konfiguracija

7.1 Za postavljanje razliCite adrese

Kada su u 1 prostoriji postavljene 2 unutarnje jedinice, na 2 korisnic¢ka sucelja mogu
se postaviti razlicite adrese.

1 Izvadite baterije iz korisnickog sucelja.

2 Presijecite premosnik adrese.

0

PP [

JJ‘ [+ [

a Premosnik adrese

OBAVIJEST
Pazite da NE ostetite okolne dijelove kada rezete premosnik adrese.

3 Ukljucite elektricno napajanje.

Rezultat: Krilce na nutarnjoj jedinici ¢e se otvoriti i zatvoriti da zauzmu pocetni
polozaj.

INFORMACUE

= Za jedinice FTXF i ATXF, slijedece postavke se MORAJU izvrsiti u roku od 5 minuta
nakon ukljucivanja elektri¢nog napajanja.

i

= U slu¢aju da se NE MOZETE zavriiti pode$avanje na vrijeme, iskljuite elektri¢no
napajanje i pricekajte najmanje 1 minutu prije ponovnog uklju¢ivanja napajanja.

4 Pritisnite istodobno:

Model Tipke
FTXP (@), [ =D
FIXE (59, ) (2

5 Pritisnite:
Model Tipka

FTXP [rewe)
FTXF

6 Odaberi:

Model Simbol

FTXP A

FTXF 1

7 Pritisnite:
Referentni vodic za instalatera 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Model Tipka
FTXP
FTXF
e ™
I—¢\ —a
oY)
ON/OFF/]_,——b

a
b

7

indikator rada
Sklopka ON/OFF unutarnje jedinice

8 Pritisnite sklopku ON/OFF unutarnje jedinice dok indikator rada trepce.

Premosnik Adresa
Tvornicke postavke 1
Nakon rezanja Skarama 2

i

INFORMACUE

Ako NE MOZETE zavrsiti podesavanje dok trepée indikator rada, ponovite postupak
podesavanja od pocetka.

9 Kada je podeSavanje dovrseno, pritisnite:

Model Tipka
FTXP Drzite pritisnuto oko 5 sekundi.
FTXF

Rezultat: Korisnicko sucelje ¢e se vratiti na prethodni zaslon.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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8 Pustanje u pogon

8.1 Pregled: pustanje u pogon

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati da biste sustav pustili u rad nakon
sto ga instalirate.

Uobicajeni tijek rada

Pustanje u pogon obi¢no se sastoji od sljedecih faza:
1 Provjera "Popisa provjera prije pustanja u rad".
2 Obavljanje probnog rada sustava.

8.2 Kontrolni popis prije pusStanja u pogon

Nakon postavljanja jedinice, najprije provjerite stavke navedene dolje. Kada su
izvrSene sve provjere, jedinicu treba zatvoriti. Pokrenite jedinicu nakon $to je

zatvorena.

] Procitajte cjelovite upute za postavljanje koje su navedene u referentnom vodicu za
instalatera.

] Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.

] Vanjska jedinica pravilno je postavljena.

] Ulazni/izlazni otvor za zrak
Provjerite da li su dovod i odvod zraka vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od prepreka
listova papira, kartona ili bilo kakvog drugog materijala.

] NEMA nedostajucih ili zamijenjenih faza.

] Cijevi rashladnog sredstva (plina i tekucine) toplinski su izolirane.

] Odvod kondenzata
Provjerite istice li odvod neometano.
Moguca posljedica: Kondenzirana voda moZze kapati.

] Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.

] Osiguraci ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju se u skladu su s ovim
dokumentom i NE smiju biti premosteni.

] Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uredaja.

] Za spojni kabel upotrijebljene su propisane Zice.

] Unutarnja jedinica prima signal od korisnickog sucelja.

] NEMA olabavljenih spojeva niti ostec¢enih elektri¢nih dijelova u razvodnoj kutiji.

n Otpor izolacije kompresora je u redu.

] NEMA ostecenih dijelova niti priklijeStenih cijevi unutar unutarnje i vanjske jedinice.

] Rashladno sredstvo NE curi.

] Postavljene su cijevi odgovarajuce veliCine i cijevi su pravilno izolirane.

] Zaporni ventili (plina i tekuc¢ine) na vanjskoj jedinici potpuno su otvoreni.

Referentni vodic za instalatera
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8.3 lzvodenje pokusnog rada

Preduvjet: Elektricno napajanje MORA biti propisanog raspona.
Preduvjet: Probni pogon treba obaviti u nacinu hladenja ili grijanja.

Preduvjet: Probni rad treba provesti u skladu sa priru¢nikom za upotrebu
unutarnje jedinice kako biste se uvjerili da sve funkcije i dijelovi pravilno rade.

1 U postupku hladenja, izaberite najnizu temperaturu koja se moze
programirati. U postupku grijanja, izaberite najviSu temperaturu koja se moze
programirati. Probni rad se moZe onemoguciti ako je potrebno.

2 Po zavrSetku probnog rada postavite temperaturu na normalnu razinu. U
modu hladenja: 26~28°C, u modu grijanja: 20~24°C.

3 Sustav prestaje s radom 3 minute nakon iskljucivanja jedinice.

8.3.1 Da biste izvrsili pokusni rad u zimskoj sezoni

Kada klima-uredaj zimi stavljate u rad u nacinu Hladenja, izvrsite probni rad
koristedi slijede¢u metodu.

Za jedinice FTXP
1 Pritisnite istodobno m, @, i LOFF ),
2 Pritisnite m
3 lzaberite 7"
4 Ppritisnite @FAN),
5 Pritisnite da se sustav ukljuci.
Rezultat: Probni rad ¢e prestati automatski nakon priblizno 30 minuta.
6 Za zaustavljanje rada, pritisnite (CoFF),

Za jedinice FTXF i ATXF

1 Pritisnite da se sustav ukljudi.
2 Pritisnite istodobno sredinu od TEIFAP, LTE\E, i.
3 Pritisnite dvaput .

Rezultat: 7" ¢e se pojaviti na zaslonu. lzabran je postupak probnog rada.
Probni rad ¢e prestati automatski nakon priblizno 30 minuta.

4 7azaustavljanje rada, pritisnite .

° INFORMACIE
l Neke funkcije se NE MOGU koristiti tijekom probnog rada.

Ako do nestanka struje dode za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokrece
¢im struja dode.

FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B |4 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
Daikin klima uredaj 43
4P513661-8H —2019.12



9 | Predaja korisniku

9 Predaja korisniku

Kada se zavrsi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite

sliedece:

= Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je Cuva za
buducu upotrebu. Obavijestite korisnika da cjelovitu dokumentaciju moze
pronaci na URL-u navedenom ranije u ovom prirucniku.

= Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i $to mora napraviti u
sluc¢aju problema.

= Pokazite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu odrZavanja jedinice.

Referentni vodic za instalatera |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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10 Odlaganje na otpad

®

OBAVUEST

NEMOJTE pokusati rastaviti sustav sami: rastavljanje sustava za klimatizaciju,
postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazecim propisima. Uredaji se u specijaliziranom pogonu
MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
Daikin klima uredaj
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11 Tehnicki podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim Daikin
internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehnic¢kih podataka dostupan je na Daikin Business Portal
(potrebna autentikacija).

11.1 Elektricka shema

Shema oZi¢enja je isporucena s jedinicom, i nalazi se s unutrasnje strane vanjske
jedinice (donja strana gornje ploce).

11.1.1 Unificirana legenda za elektri¢cne sheme

Za primijenjene dijelove i broj¢ane oznake, pojedinosti potraZzite u shemi oZicenja
ove jedinice. Dijelovi su oznaceni arapskim brojevima u rastu¢em poretku za svaki
dio i u donjem pregledu prikazani sa "*" u kodnoj oznaci dijela.

Simbol Znacenje Simbol Znacenje

_ Automatski osigurat || @ Zastitno uzemljenje
- Spoj Zastitno uzemljenje

(vijak)

es= e[} | Prikljuénica ® Ispravljac

L Uzemljenje G- Konektor sklopke
H W W-: | Vanjsko oZicenje @ Konektor kratkog

spoja

g — Osigurac o Stezaljka

{1 Unutarnja jedinica oo Redna stezaljka
gju'z_\Lm Vanjska jedinica oe Stezaljka Zice
Simbol Boja Simbol Boja

BLK Crna ORG Narancasta

BLU Plava PNK RuZicasta

BRN Smeda PRP, PPL Ljubicasta

GRN Zelena RED Crvena

GRY Siva WHT Bijela

YLW Zuta

Simbol Znacenje

A*P Tiskana plocica

BS* Tipkalo uklju¢eno/iskljuc¢eno, sklopka

rada
BZ, H*O Zvucnik
C* Kondenzator
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Simbol

Znacenje

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*

Prikljucak, prikljucnica

D*, V*D Dioda

DB* Diodni most
DS* DIP sklopka
E*H Grijac

FU*, F*U, (za karakteristike, pogledajte | Osigurac

tiskanu plocicu u vasoj jedinici)

FG*

Priklju¢nica (uzemljenje okvira)

H* Kabelski svezanj

H*P, LED*, V*L Upravljacko svjetlo, svjetleca dioda

HAP Svjetleéa dioda (prikaz rada-zeleno)

HIGH VOLTAGE Visoki napon

IES Osjetnik pametno oko (Intelligent eye)

IPM* Pametni modul napajanja

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetski relej

L Faza

L* Zavojnica

L*R Reaktor

M* Koracni motor

M*C Motor kompresora

M*F Motor ventilatora

M*P Motor odvodne pumpe

M*S Motor lamela

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetski relej

N Neutralna

n=*, N=* Broj prolaza kroz feritnu jezgru

PAM Modulacija amplitudom pulsa

PCB* Tiskana plocica

PM* Modul napajanja

PS Ukljucivanje elektri¢cnog napajanja

PTC* PTC termistor

Q* Bipolarni tranzistor s izoliranom
upravljackom elektrodom (IGBT)

Q*DlI Strujni zastitni prekidac - FID

Q*L Zastita od preoptereéenja

Q*M Termo-sklopka

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Simbol Znacenje

R* Otpornik

R*T Termistor

RC Prijemnik

S*C Sklopka ogranicenja
S*L Sklopka s plovkom
S*NPH Osjetnik tlaka (visokog)
S*NPL Osjetnik tlaka (niskog)
S*PH, HPS* Tlac¢na sklopka (visoki)
S*PL Tlac¢na sklopka (niski)
S*T Termostat

S*RH Osjetnik vlage

S*W, SW* Sklopka za ukljucivanje
SA*, F1S Odvodnik prenapona
SR*, WLU Prijemnik signala

SS* Sklopka za odabir

SHEET METAL

PloCica ucvrséenja redne stezaljke

T*R Transformator

TC, TRC Odasiljac

V*, R*V Varistor

V*R Diodni most

WRC BeZi¢ni daljinski upravljac

X* Stezaljka

X*M Redna stezaljka (blok)

Y*E Vodi€ za zavojnicu elektronickog
ekspanzionog ventila

Y*R, Y*S Svitak prekretnog elektromagnetskog
ventila

7*C Feritna jezgra

ZF, Z*F Filtar Suma
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12 Rjecnik

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlasteni instalater
Tehnicki obucena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Vazeci zakoni
Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi
i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeéi za odredeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja moZe obaviti ili koordinirati potreban servis
proizvoda.

Prirucnik za postavljanje
Priru¢nik s uputama specifican za odredeni proizvod ili aplikaciju u kojem je
objasnjeno njihovo postavljanje, konfiguriranje i odrzavanije.

Prirucnik za upotrebu
Priru¢nik s uputama specifi¢an za odredeni proizvod ili aplikaciju u kojem je
objasnjena njihova upotreba.

Upute za odrzavanje
Priru¢nik s uputama naveden za odredeni proizvod ili aplikaciju objasnjava
(ako je relevantno) postavljanje, konfiguriranje, uporabu i/ili odrzavanje
proizvoda ili aplikacije.

Dodatna oprema
Naljepnice, prirucnici, informativni listovi i oprema koji su isporuceni s
proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se moze kombinirati
s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se moZze kombinirati s
proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.
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