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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

1 Bendrosios atsargumo priemones

1.1 Apie dokumentacija

= QOriginali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis

yra vertimai.

= Siame dokumente apradytos atsargumo priemonés yra labai svarbios, todél jy

bdtina paisyti.

= Sistemos jrengimo darbus ir visus veiksmus, aprasytus jrengimo vadove bei

montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti jgaliotasis montuotojas.

1.1.1 Jspéjimy ir simboliy reikSmés

PAVOJUS

Nurodo situacija, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacijg, dél kurios galima mirtis nuo elektros srovés.

> B> P

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimi labai aukstos arba labai Zemos temperatlros
sukelti nudegimai.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.

|SPEJIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

DEMESIO

Nurodo situacija, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PASTABA

Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

Sl

INFORMACUA

Nurodo naudingus patarimus arba papildoma informacija.

Ant bloko naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas
I:E Prie$ jrengdami perskaitykite jrengimo ir eksploatacijos
vadova bei elektros instaliacijos instrukcijy lapa.

Trumpasis montuotojo vadovas
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

Simbolis Paaiskinimas

@ Pries pradedami vykdyti techninés ir bendrosios priezitros

darbus, perskaitykite priezitros vadova.

|I|| Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo

nuorody vadove.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis PaaiSkinimas
Pateikiamas iliustracijos pavadinimas arba nuoroda j j3.
Pavyzdys: @ "1-3 pav. pavadinimas" reiskia "3 pav. i$
1 skyriaus".
@ Pateikiamas lentelés pavadinimas arba nuoroda j ja.

Pavyzdys: m "1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé i$
1 skyriaus".

1.2 Montuotojui

1.2.1 Bendroji informacija

Jei NEZINOTE, kaip jrengti ar eksploatuoti bloka, susisiekite su savo jgaliotuoju

atstovu.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

* Eksploatuojant jrenginj arba iS karto jj isjunge NELIESKITE ausalo, vandens
vamzdziy arba vidiniy daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per salti.
Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatrg. Jei reikia liesti, mdavekite
apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

|SPEJIMAS

Netinkamai sumontavus ar prijungus jrangg ar priedus, gali istikti elektros smagis,

jvykti trumpasis jungimas, nuotékis, kilti gaisras ar kitaip bdti sugadinta jranga.

Naudokite tik Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildoma jranga ir
atsargines dalis.

|SPEJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi atitikti taikomus teisés aktus
(virsesni uz Daikin dokumentacijoje aprasytas instrukcijas).

DEMESIO

Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos priezilrg, butinai dévékite
atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

> BB B P

ISPEJIMAS

Suplésykite ir iSmeskite plastikinius pakavimo maisus, kad vaikai su jais nezaisty.
Galimas pavojus: uzdusimas.
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobsCiu maziems
gyvineéliams. Maziems gyvineliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzsidegti.

DEMESIO
= Ant jrenginio virSaus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

PASTABA

Lauke naudojamas jrenginys turéty bati eksploatuojamas esant sausam orui, kad
blty iSvengta vandens patekimo.

DEMESIO
NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy.

Vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, gali reikéti vesti Zurnalg, kuriame baty
registruojama bent informacija apie technine priezilrg, remontg, bandymy
rezultatus, budéjimo laikotarpius ir kt.

Be to, ant gaminio (pasiekiamoje vietoje) TURI bati pateikta bent tokia informacija:
= sistemos iSjungimo avarinéje situacijoje instrukcijos;
= gaisrinés, policijos ir ligoninés pavadinimai ir adresai;

= priezidrg vykdancios jmonés pavadinimas, adresas, dieninis ir naktinis telefono
numeriai.

Europoje reikiamos informacijos apie $j Zurnalg rasite standarte EN378.

1.2.2 Montavimo vieta

= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei priezilrai ir oro cirkuliacijai.

= Jsitikinkite, kad jrengimo vieta atlaikys bloko svorj ir vibracija.

= PasirGpinkite, kad zona bity gerai védinama. NEUZBLOKUOKITE jokiy ventiliacijos
angy.

= Pasirlpinkite, kad jrenginys bdty sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= Vietose, kur yra galimai sprogiy dujy.

= Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidZianciy jrenginiy.
Elektromagnetinés bangos gali sugadinti valdymo sistemg ir neleisti jrangai
normaliai veikti.

= Vietose, kur galimas gaisras dél degiy dujy nuotékio (pvz., skiediklio arba
benzino), anglies pluosto arba degiy dulkiy.

= Vietose, kur iSsiskiria korozijg sukelianciy dujy (pvz., sieros ragsties dujos). Dél
variniy vamzdziy arba suvirinty daliy korozijos gali iStekéti ausalas.

= Vonios kambariuose.

Jrangos su Saltnesiu R32 instrukcijos

Jei taikoma.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS
= NEBADYKITE ir nedeginkite.

= NENAUDOKITE priemoniy, skirty atitirpinimo procesui ar jrangos valymui
spartinti, iSskyrus rekomenduojamas gamintojo.

= Atminkite: Saltnesis R32 yra bekvapis.

Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur neblty nuolat veikianciy uzdegimo
saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy Sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti toliau nurodytas rekomendacijas.

PASTABA
= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

= Techninei priezilrai bus pasiekiami jrengimo metu tarp Saltnesio sistemos daliy
sumontuoti lankstai.

|SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés priezitros bei remonto darbai
blty vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojanciy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti tik jgalioti asmenys.

|SPEJIMAS
Prietaisg butina sandéliuoti taip, kad bdty iSvengta mechaniniy pazeidimy.

Reikalavimai jrengimo erdvei

@ PASTABA
= Vamzdynas turi blti apsaugotas nuo fiziniy pazeidimu.

* Vamzdynas turi bati kiek jmanoma mazesnis.

|SPEJIMAS
Jei prietaisuose yra saltneSio R32, patalpos, kurioje jrengiami, eksploatuojami ir

sandéliuojami prietaisai, grindy plotas TURI bati didesnis nei minimalus grindy plotas,
nurodytas toliau pateikiamoje A lenteléje (m?). Tai taikoma:

= patalpos blokams be 3altnesio nuotékio jutiklio. Jei patalpos blokas turi Saltnesio
nuotékio jutiklj, Zr. jrengimo vadova;

= lauko blokams, jrengtiems arba sandéliuojamiems patalpoje (pvz., Ziemos sode,
garaze, techninéje patalpoje ir pan.);

= vamzdynams nevedinamose vietose.

Kaip nustatyti minimaly grindy plota

1 Nustatykite bendrgjg sistemos Saltnesio jkrovg (= gamykliné saltnesSio jkrova @
+ @ papildomas jleistas Saltnesio kiekis).

M Contains fluorinated greenhouse gases

D —
GWP: xxx 9 =:kg

(2]
|‘. 9 9:0- kg
GWP x kg _|
Ld 000 | tCO,eq

2 Nustatykite, kurig diagramg arba lentele reikia taikyti.
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

= Patalpos blokams: ar jrenginys montuojamas ant luby (sienos), ar stovi ant

grindy?

* Jei lauko blokai jrengiami arba sandéliuojami patalpoje ir lauko vamzdziai
jrengiami nevédinamose vietose, tai priklauso nuo jrengimo aukscio:

Jei jrengimo aukstis yra...

Tada reikia naudoti diagrama arba
lentele, skirtg

<1,8m

Ant grindy pastatytiems blokams

1,8<x<2,2 m

Sieniniams blokams

>2,2m

Ant luby sumontuotiems blokams

3 Nustatykite minimaly grindy plotg, vadovaudamiesi diagrama arba lentele.

m?)

Gl
™~
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(o) 191:9
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1 5 ———
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

1.2.3 Ausalas

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A_, (m?)  m(kg)—A_ (m?) m(kg)—A_ (m?)

<1.842—— <1.842 —— <1.842——

1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24—4.74 24—5.79 24—490
26—5.13 2.6—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0——8.51 3.0—76.6
3.2—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 36—123 3.6—110
3.8——9.14 3.8—13.7 3.8—123
4.0——10.1 4.0—15.1 40—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44——123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 5.2——230
54—185 54—27.6 54——248
5.6——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——21.3 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4——259 6.4——38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6 —41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2—441
7.4——34.7 74—51.8 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8——57.5 7.8——518

7.956 ——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Bendroji sistemos Saltnesio jkrova
Minimalus grindy plotas

A

'min

(a) Ceiling-mounted unit (= ant luby sumontuotas blokas)

(b) Wall-mounted unit (= sieninis blokas)

(c) Floor-standing unit (= ant grindy stovintis blokas)

Jei taikoma. Zr. jrengimo vadova arba montuotojo nuorody vadova, kur rasite
daugiau informacijos.

PASTABA

Pasirtpinkite, kad ausalo vamzdziai blty sumontuoti laikantis taikomy teisés akty.
Europoje taikomas standartas EN378.

PASTABA
Pasirtpinkite, kad vietinis vamzdynas ir jungtys NEBUTY jtemptos.

ISPEJIMAS

Atlikdami bandymus NIEKADA jrenginyje nepadidinkite slégio, kad jis virSyty
maksimaly leidZziama slégj (jis nurodytas ant gaminio informacinés lentelés).

> B o ©

|SPEJIMAS

Atsiradus auSalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus ausalo dujy
nuotékiui, nedelsdami isvédinkite vietg. Galima rizika:

= Dél per didelés ausalo koncentracijos uzdaroje patalpoje gali atsirasti deguonies
trakumas.

= Atsiradus ausalo dujy salyciui su ugnimi, gali susidaryti toksinés dujos.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Slégio maZinimas — SaltneSio nuotékis. Jie norite sumazinti slégj sistemoje ir
Saltnesio kontlre yra nuotékis:

= NENAUDOKITE bloko automatinio slégio mazinimo funkcijos, kuri leidZia surinkti
visg Saltnesj is sistemos j lauko blokg. Galima pasekmé: Kompresoriaus savaiminis
uzsiliepsnojimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg rekuperacijos sistemg, kad bloko kompresorius NEVEIKTY.

|SPEJIMAS

VISADA rekuperuokite $altnesj. NEISLEISKITE jo j aplinka. Jrenggiai i$tustinti naudokite
vakuumo siurblj.

PASTABA

Prijunge visus vamzdzius patikrinkite, ar néra dujy nuotékio. Dujy nuotékiui nustatyti
naudokite azota.

PASTABA

= Tam, kad nesultzty kompresorius, NEPILKITE SaltneSio daugiau, nei nurodytas
kiekis.

= Kai reikia atidaryti 3altnesio sistema, 3altne$j BUTINA sutvarkyti vadovaujantis
taikomais teisés aktais.

> o o P

|SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad sistemoje neblty deguonies. Ausalg galima pilti tik atlikus
patikrinima dél nuotékio ir vakuuminj dziovinima.

Galima pasekmeé: savaiminis kompresoriaus uzsidegimas ir sprogimas dél deguonies
patekimo j veikiantj kompresoriy.

Jei reikia papildyti atsargas, zr. jrenginio vardine plokstele. Joje pateiktas Saltnesio
tipas ir reikiamas kiekis.

Jrenginys gamykloje uZpildomas Saltnesiu ir, atsizvelgiant j vamzdziy dydj ir ilgj,
kai kurias sistemas gali reikéti papildyti Saltnesiu.

Naudokite tik sistemoje naudojamo ausalo tipui skirtus jrankius. Tai uZztikrins
atsparuma slégiui ir apsaugos, kad j sistemga nepatekty pasaliniy medziagy.

Skysto ausalo jleiskite, kaip aprasyta toliau.

Jei Tada
Yra sifoninis vamzdis Pildydami cilindrg laikykite vertikalioje
(t.y., cilindras pazymétas “Prijungtas padeétyje.

skyscio pildymo sifonas”) 1{

Sifoninio vamzdZio NERA Pildydami cilindrg laikykite apversta.

-

= Ausalo cilindrus atidarykite létai.

Trumpasis montuotojo vadovas
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

= |pilkite skysto ausalo. Jei jleisite auSalo dujy pavidalu, jrenginio veikimas gali

sutrikti.

>

DEMESIO

Pildami Saltnesj arba pristabde pildyma, nedelsdami uzdarykite saltnesSio baliono
voztuva. Jei voztuvo iskart NEUZDARYSITE, del likutinio slégio j sistema gali bati jpilta
papildomo Saltnesio. Galima pasekmé: netinkamas saltnesio kiekis.

1.2.4 Druskos tirpalas

Jei taikoma. ZiGrékite montavimo vadova ar programos diegimo vadova, kur
pateikiama daugiau informacijos.

|SPEJIMAS

Druskos tirpalas TURI bati pasirinktas, atsizvelgiant j taikomus teisés aktus.

ISPEJIMAS

Atsiradus druskos tirpalo nuoteékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus druskos
tirpalo nuotékiui, nedelsdami isvedinkite vieta ir kreipkités j vietinj pardavéja.

|SPEJIMAS

Temperatdra jrenginio viduje gali pakilti auksciau uz patalpos temperatdrg, pvz., iki
70°C. Atsiradus druskos tirpalo nuotékiui dél jkaitusiy daliy jrenginio viduje gali
susidaryti pavojinga situacija.

> B B P

ISPEJIMAS

Jrenginys TURI bati naudojamas ir montuojamas, laikantis saugumo ir aplinkosaugos
priemoniy, nurodyty taikomuose teisés aktuose.

1.2.5 Vanduo

Jei taikoma. Zilrékite montavimo vadova ar programos diegimo vadova, kur
pateikiama daugiau informacijos.

®

PASTABA
Pasirtpinkite, kad vandens kokybé atitikty ES direktyva 98/83 EB.

1.2.6 Elektra

A\

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

® PrieS nuimdami jungikliy dézutés dangtelj, atlikdami sujungimus arba liesdami
elektrines dalis visiskai ISJUNKITE maitinima.

= Atjunkite maitinima ilgiau negu 1 minute ir pries atlikdami technine priezilra
iSmatuokite pagrindinés grandinés kondensatoriy arba elektriniy daliy gnybty
jtampa. Kad galétuméte liesti elektrines dalis, jtampa TURI bUti mazesné negu
50 V nuolatinés srovés. Gnybty padétis nurodyta elektros instaliacijos schemoje.

= NELIESKITE elektriniy daliy Slapiomis rankomis.

= Kai nuimtas techninés priezitros dangtis, NEPALIKITE jrenginio be prieZilros.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

A

ISPEJIMAS

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko
iSjungimo pagal virsjtampio kategorijos Ill sglygg priemoneés su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi bati prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.

A

|SPEJIMAS
* Naudokite TIK varinius laidus.
= Patikrinkite, ar iSoriniai elektros laidai atitinka taikomy teisés akty reikalavimus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI

pridedama prie gaminio.

bdti sujungti pagal instaliacijos schemag,

= NIEKADA neprispauskite kabeliy pyneés ir uztikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdziais ir astriais krastais. Stebeékite, kad gnybty jungciy neveikty iBorinis
slegis.

® Nepamirskite jrengti jZeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jzeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virSjtampiy ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu.
Netinkamai jZeminus sistema, galimas elektros smugis.

* Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.

Bdtinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

® Nepamirskite jrengti apsaugg nuo nuotékio j Zeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros smugj arba gali kilti gaisras.

® Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksmui), kad nebdty be reikalo
jjungiama apsauga nuo nuotékio j Zeme.

DEMESIO

Jungiant maitinima, reikia pirmiausia prijungti jZeminimo jungtj, o po to — sroves
jungtis. Atjungiant maitinima, reikia pirmiausia atjungti maitinimo jungtis, o po to —
jZeminimo jungtj. Laidininky, jungianciy maitinimo jtempio atleidimo blokg su
kontakty bloku, ilgis turi bati toks, kad srovés laidai bty jtempiami pries jZeminimo
laida (jei kartais maitinimo laidai atsijungty nuo jtempio atleidimo bloko).

PASTABA

Atsargumo priemoneés tiesiant elektros laidus:
N >N
( J(J T @

= Prie maitinimo Saltinio gnybty bloko NEJUNKITE skirtingo storio laidy (kabantys
maitinimo laidai gali sukelti per didelj kaitima).

= Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esanciame paveikslélyje.

= Naudokite nurodytg maitinimo laidg ir jj tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad
apsaugotumeéte nuo isorinio spaudimo, veikiancio gnybty skyda.

* Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvas su maza galvute
pazeis varzto galvute, todél bus nejmanoma tinkamai priverzti.

Perverzus gnybty varztus, jie gali [Gzti.

A

|SPEJIMAS

= Sujunge elektros prietaisus patikrinkite, ar visos elektros sistemos dalys ir gnybtai
elektros instaliacijos déZutéje saugiai sujungti.

= Pries jjungdami jrenginj batinai uzdarykite visus dangcius.

Trumpasis montuotojo vadovas
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

PASTABA
Taikoma tik tuo atveju, jeigu yra trijy faziy maitinimo jvadas ir kompresorius gali

veikti JJUNGTI/ISJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra faziy svyravimo galimybé po trumpalaikio elektros srovés nutrikimo ir
maitinimo jsijungimo ir iSsijungimo gaminiui veikiant, prijunkite vietine apsaugos nuo
faziy svyravimo grandine. Gaminj eksploatuojant esant faziy svyravimui gali sugesti
kompresorius ir kitos dalys.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Apie dokumentacija

2 Apie dokumentacijg

2.1 Apie sj dokumentg

INFORMACUA

[ J
l Jsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintag dokumentacija ir paprasykite jo pasilikti ja
ateiciai.

Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACUA

[ J

l Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams
parduotuvése, lengvosios pramoneés jmonése ir zemeés Ukiuose arba ne specialistams
— komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau apibidinama viso rinkinio
sandara:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
- Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti prie$ jrengiant
- Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Patalpos bloko jrengimo vadovas:
- Jrengimo instrukcijos
- Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Trumpasis montuotojo vadovas:
- Pasiruosimas jrengti, gera praktika, nuorodos...

- Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje Daikin
interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos — vertimai.

Techniniai inZineriniai duomenys
= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal
(taikomas tapatumo nustatymas).

2.2 Montuotojo informacinis vadovas trumpai

Skyrius Aprasas
Bendrosios saugos atsargumo | Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA
priemonés perskaityti pries jrengiant
Apie dokumentacija Montuotojui skirta dokumentacija
Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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2 | Apie dokumentacija

Skyrius Aprasas
Apie déze Kaip iSpakuoti blokus ir iSimti jy priedus
Apie bloka = Sistemos iSdéstymas

= Veikimo diapazonas

Pasiruosimas

K3 reikia atlikti ir suzinoti pries vykstant j vietg

Jrengimas

K3 reikia atlikti ir suZinoti pries jrengiant sistemg

konfiglracija

K3 reikia atlikti ir Zinoti siekiant sukonfigruoti
jrengtg sistema

Atidavimas eksploatuoti

K3 reikia atlikti ir suZinoti siekiant atiduoti
eksploatuoti sukonfigliruotg sistemg

Perdavimas naudotojui

K3 reikia perduoti ir paaiskinti naudotojui

Utilizavimas

Kaip utilizuoti sistema

Techniniai duomenys

Sistemos specifikacijos

Zodynélis

Terminy apibrézimas

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN
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3 Apie deze

3.1 Apivalga: apie déze

Siame skyriuje rasoma, ka turite daryti prieme vietoje déze su patalpos bloku.
Jame nagrinéjamos tokios temos:

= Bloko iSpakavimas ir tvarkymas

= Priedy nuémimas nuo bloko

Atminkite:

= Prie$ pristatant BUTINA patikrinti jrenginj, ar néra pazeidimy. Apie bet kokius
pazeidimus BUTINA nedelsiant pranesti vezéjo pretenzijy agentui.

= NeiSpakuotg jrenginj reikia prineSti kuo arciau montavimo vietos, kad
nepaZzeistuméte jrenginio transportuodami.

= Pernesdami blokg atsizvelkite j Siuos dalykus:

|1| Jrenginys yra duzus, todél neskite jj atsargiai.
Laikykite jrenginj vertikaliai, kad nepazeistumeéte.

= IS anksto pasiruoskite kelig, kuriuo planuojate atgabenti blokg vidun.

3.2 Patalpose naudojamas jrenginys

INFORMACUA

°
l Tolesnéje iliustracijos — tik pavyzdziai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jlsy sistemos
iSdéstymo.

3.2.1 Kaip iSpakuoti patalpos bloka

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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3 | Apie déze

3.2.2 Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko

1 [Simkite priedus, esancius pakuotés dugne.

a b ¢ d e
1% 1% 1% 2% 2%

f//‘%
rengimo vadovas

Eksploatacijos vadovas

Bendrosios saugos atsargumo priemoneés

Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro daleliy filtras (tik FTXP)

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4 x 12L). Zr. "6.6.3 Kaip pritvirtinti bloka prie montavimo
plokstés" [»39].

Vienkartinis AAA.LRO3 (Sarminis) maitinimo elementas naudotojo sasajai

Naudotojo sasajos laikiklis

Naudotojo sasaja

Montavimo plokste

-
!

mQn T QO

- .
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4 Apie bloka

A

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

Jrenginyje esantis ausalas yra Siek tiek degus.

4.1 Sistemos isdéstymas

®

PASTABA

Sistemos negalima projektuoti, kai temperatira lauke nesiekia —15°C.

-0 Q0 T O

Patalpos blokas
PrieziGros dangtis
Oro filtras

Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro daleliy filtras (tik FTXP)
Saltnesio vamzdynas, drenaZo zarna ir jungiamasis kabelis

Izoliaciné juosta

4.2 Veikimo diapazonas

Siekdami

uztikrinti  veikimo saugg ir efektyvumg,

nurodytuose temperatlros ir drégnumo intervaluose.

naudokite sistemg toliau

Veikimo rezimas

Veikimo diapazonas

Patalpos drégnumas: <80%

Vésinimas®® = Lauko temperatira: -10~46°C (sausojo
termometro)
= Patalpos temperatdra: 18~32°C (sausojo
termometro)
= Patalpos drégnumas: <80%
Sildymas® = Lauko temperatara: —15~24°C (sausojo
termometro)
= Patalpos temperatura: 10~30°C (sausojo
termometro)
DZiovinimas' = Lauko temperatdra: —-10~46°C (sausojo
termometro)
= Patalpos temperatura: 18~32°C (sausojo
termometro)

@ Jei bloko veikimo parametrai i$eis u? darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali
sustabdyti sistemos veikima.

Trumpasis montuotojo vadovas
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) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti
vanduo.
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5 Pasiruosimas

5.1 Apzvalga: parengimas

Siame skyriuje nurodoma, ka reikia atlikti ir Zinoti prie$ vykstant j objekta.
Jame nagrinéjamos tokios temos:

= jrengimo vietos paruosimas;

= Saltnesio vamzdyno paruosimas;

= elektros instaliacijos paruosimas.

5.2 Jrengimo vietos paruosimas

NEMONTUOKITE jrenginio vietose, kuriose daznai dirbama. Jeigu atliekant statybos
darbus (pvz., $lifavimo darbus) atsiranda daug dulkiy, jrenginj BUTINA uZdengti.

Pasirinkite tokia montavimo vietg, kad baty pakankamai vietos jrenginiui jnesti ir
iSnesti.

ISPEJIMAS
Prietaisas turi bati laikomas patalpoje, kurioje néra pastoviai veikianciy uzdegimo

Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio sildytuvo).

5.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai

INFORMACUA

Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais skyriuje
“Bendrosios saugos priemonés”.

i

° INFORMACIA
l Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Oro srautas. Pasirlpinkite, kad oro srauto niekas neblokuoty.
= Drenazas. U7Ztikrinkite tinkamg kondensato nutekeéjima.

= Sienos izoliacija. Kai temperatlra ties siena virSija 30°C, o santykinis
dregnumas — 80% arba j sieng jtraukiamas grynas oras, reikalinga papildoma
izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).

= Sienos tvirtumas. Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai tvirtos, kad
atlaikyty bloko svorj. Jei kyla pavojus, pries montuodami blokg sutvirtinkite sieng
arba grindis.

Maitinimo kabelius jrenkite bent 1 metro atstumu nuo televizoriy ir radijo imtuvy,
kad iSvengtuméte trukdziy. Atsizvelgiant j radijo bangas, 3 metry atstumo gali
NEPAKAKTI.

= Pasirinkite vieta, kurioje bloko skleidZiamas karstas / Saltas oras ir triukSmas
niekam NETRUKDYTY.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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= Fluorescencinés lempos. |rengiant belaide naudotojo s3sajg patalpoje su
fluorescencinémis lempomis, reikia stengtis iSvengti trukdZiy:

- Sumontuokite belaide naudotojo sgsajg kaip jmanoma arciau patalpos bloko.

- Sumontuokite patalpos blokg kaip jmanoma toliau nuo fluorescenciniy lempuy.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali sutrumpéti jo
eksploatavimo laikas:

kur stipriai svyruoja jtampa;

transporto priemoneése ir laivuose;

kur yra rtgsciy arba Sarminiy gary.

Vietose, kur atmosferoje gali bati mineralinés alyvos rtko, pursly arba gary.
Plastikinés dalys gali biti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotek;.

Vietose, kur j blokg gali Sviesti tiesioginiai saulés spinduliai.

Vonios kambariuose.

Garsui jautriose vietose (pvz., Salia miegamojo), kad jrenginio keliamas triukSmas
netrukdyty.

A

ISPEJIMAS

NEDEKITE daikty po patalpos ar lauko bloku, kuris gali suslapti. Priedingu atveju ant
jrenginio arba SaltneSio vamzdziy gali susidaryti kondensato ir dél oro filtro
nesvarumy arba drenazo linijoje atsiradusiy kamsciy kondensatas gali pradéti laseéti ir
sugadinti arba sutersti po jrenginiu esancius objektus.

= Tarpai. Jrenkite blokg bent 1,8 metro atstumu nuo grindy ir atsizvelkite j toliau
pateiktus reikalavimus dél atstumo iki sieny ir luby:

o
el
Al

250 250

(mm)

5.3 Ausalo vamzdeliy paruosimas

5.3.1 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

i

INFORMACIA

Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais skyriuje
“Bendrosios saugos priemonés”.

®

PASTABA

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos $altnesiui. Saltnesiui
naudokite fosforo rligstimi deoksiduotas varines besitles dalis.

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyvg) kiekis vamzdyne turi bati
<30 mg/10 m.

Saltnesio vamzdyno skersmuo

Naudokite to paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloky:

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Klaseé L1 skys¢io vamzdynas L1 dujy vamzdynas
2035 @6,4 ?9,5
50~71 ?6,4 ®12,7

Saltnesio vamzdyno medziaga

= Vamzdeliy medZiaga: fosforo rugstimi deoksiduotas besillis varis.
= Platéjimo jungtys: naudokite tik gridintag medZiaga.

= Vamzdyno gridinimo rasis ir storis:

1Sorinis skersmuo (@)
6,4 mm (1/4 col.)

9,5 mm (3/8 col.)

Gradinimo riisis Storis (t)@

>0,8 mm 2

N
o
)

@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly darbinj slégj (zr. "PS
High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti storesnio vamzdyno.

Grudinta (O)

12,7 mm (1/2 col.)

5.3.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija

= Kaip izoliacine medZiagg naudokite porolona:

- Silumos perdavimo koeficientas turi siekti

0,041-0,052 W/mK (0,035—
0,045 kcal/mh°C);

- atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.
= |zoliacijos storis

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (@,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@,)

I1zoliacijos storis (t)

6,4 mm (1/4 col.) 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8 col.) 12~15 mm >13 mm
12,7 mm (1/2 col.) 14~16 mm >13 mm

Jei temperatlra yra aukstesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei RH 80%,

izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio, kad ant jy pavirSiaus
nesusidaryty kondensato.

5.4 Elektros instaliacijos paruosimas

5.4.1 Apie elektros laidy paruosimg

INFORMACUA

i

Taip pat susipaZinkite su atsargumo priemonémis
“Bendrosios saugos priemonés”.

ir reikalavimais skyriuje

Trumpasis montuotojo vadovas
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5 | Pasiruosimas

ISPEJIMAS
= Jei maitinimo saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga gali

sugesti.

* Prijunkite tinkamg jZzeminima. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
pagalbiniu vamzdZiu, virSjtampio ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai jzeminta sistema gali sukelti elektros smug;j.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie NESILIESTY prie astriy
briauny ar vamzdziy, ypac auksto slégio puséje.

NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy, suvytyjy laidy, ilgintuvy ar
prijungimy nuo Zvaigzde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisra.

NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje
jrengtas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumga ir gali
bati nelaimingo atsitikimo priezastimi.

|SPEJIMAS
= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros

instaliacija TURI atitikti taikomus teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti
taikomus teisés aktus.

ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.
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6 Jrengimas

6.1 Apzvalga: montavimas

Siame skyriuje rasoma, kg turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai jrengti vietoje
sistema.

Jprastiné darbo eiga

Jrengima paprastai sudaro tokie etapai:
1 lauko bloko montavimas;

patalpos bloko jrengimas;

saltnesio vamzdyno prijungimas;
Saltnesio vamzdyno patikra;
saltnesio jpylimas;

elektros instaliacijos prijungimas;
lauko jrengties uzbaigimas;
patalpos jrengties uzbaigimas.

00 N O U BW N

INFORMACUA

o

l Informacijos apie tai, kaip jrengti lauko blokg (jj sumontuoti, prijungti Saltnesio
vamzdyna, jpilti Saltnesj, prijungti elektros laidus...), rasite lauko bloko jrengimo
vadove.

6.2 Patalpos bloko atidarymas

6.2.1 Kaip nuimti priekinj skydelj

1 Paimkite priekinj skydelj uz skydelio gseliy (abiejose pusése) ir atidarykite jj.

a  Skydelio gselés
2 Nuimkite priekinj skydelj kairén arba desinén ir patraukite j save.
Rezultatas: Taip 1 puséje atjungsite priekinio skydelio velena.

3 Tokiu paciu badu atjunkite priekinio skydelio veleng kitoje puséje.

a  Priekinio skydelio velenas
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6.2.2 Kaip veél sumontuoti priekinj skydelj

1 Prijunkite priekinj skydelj. Sulygiuokite velenus su lizdais ir jstumkite juos iki
galo.

2 Létai uzdarykite priekinj skydelj ir paspauskite abiejuose Sonuose bei centre.

6.2.3 Kaip nuimti priekines groteles

DEMESIO
Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos prieziirg, buatinai déveékite

atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

1 Nuimkite priekinj skydelj, kad galétumeéte iSimti oro filtra.

2 Atsukite 2 sraigtus (20~35 klasés) arba 3 sraigtus (50~71 klasés) nuo priekiniy
groteliy.

3 Paspauskite Zemyn 3 virSutinius kablius, pazymeétus simboliu su 3 apskritimais.

|

it

.

a Virsutinis kablys
b Simbolis su 3 apskritimais

4 Rekomenduojame prie$ nuimant priekines groteles atidaryti atlanka.

5 UZzdékite abi rankas po priekiniy groteliy centru, tada paspauskite aukstyn ir
patraukite j save.

6.2.4 Kaip vel sumontuoti priekines groteles

1 Sumontuokite priekines groteles ir tvirtai sujunkite 3 virsutinius kablius.

2 Prisukite 2 sraigtus (20~35 klasés) arba 3 sraigtus (50~71 klasés) atgal prie
priekiniy groteliy.
3 Sumontuokite oro filtrg ir priekinj skydelj.

6.2.5 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo dangt;j

1 Nuimkite priekines groteles.
2 Atsukite 1 sraigtg nuo elektros instaliacijos skydo.

Atidarykite elektros instaliacijos skydo dangtj, patraukdami islindusig dalj
dangcio virsuje.
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4 Atkabinkite gsele apacioje ir nuimkite elektros instaliacijos skydo dangtj.

a Asele
b Islindusi dalis dangcio virsuje
c Sraigtas

5 Norédami vél sumontuoti dangtj, pirmiausia uzkabinkite apatine gsele ant
elektros instaliacijos skydo, tada nuslinkite dangtj j 2 virSutines gseles.

6.2.6 Kaip atidaryti priezitros dangtj

1 Atsukite 1 sraigtg nuo priezitros dangcio.

2 Horizontaliai nutraukite priezitGros dangtj nuo bloko.

a PrieZilros dangcio sraigtas
b PrieziGros dangtis

6.3 Patalpos bloko jrengimas

6.3.1 Atsargumo priemonés jrengiant patalpos bloka

INFORMACUA

[
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

® Bendrosios saugos atsargumo priemonés

= Pasiruosimas

6.3.2 Montavimo plokstés jrengimas

1 Laikinai jrenkite montavimo plokste.
2 I8lyginkite montavimo plokste.

3 Matavimo rulete paZzymeékite ant sienos greZimo tasky centrus. Nustatykite
matavimo ruletés galg ties simboliu ">".
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4 Baikite jrengimo darbus, M4x25L sraigtais (vietinis tiekimas) prisukdami
montavimo plokste prie sienos.

INFORMACUA

Nuimtg vamzdzio angos dangtj galima laikyti montavimo plokstes kisenéje.

i @

A
a b c a c a
B

A Montavimo ploksté 20~35 klasems

B Montavimo ploksté 50~71 klaséms

a Rekomenduojami montavimo plokstés tvirtinimo taskai

b  Kisené vamzdzio angos dangciui

¢ Aselés gulsciukui

d  Kiauryminé skylé sienoje, @65 mm

e DrenaZo Zarnos vieta

f Matavimo ruletés vieta ties simboliu ">"

g Dujyvamzdzio galas

h  Skyscio vamzdzio galas

6.3.3 Kaip iSgreZti sienoje skyle
DEMESIO
Jei sienoje yra metalinis rémas arba metaliné ploksté, naudokite jterptinj sieninj
vamzdj ir klojimo vietoje uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte
elektros smigio bei gaisro.
PASTABA
BUtinai uzsandarinkite tarpus tarp vamzdziy sandarinimo medziaga (vietinis tiekimas),
kad isvengtumeéte vandens nuotekiy.
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
Patalpos oro kondicionierius "Daikin" 27

4P513661-8H—2019.12



6 | Jrengimas

1 ISgrezkite sienoje didele 65 mm skersmens prakisimo kiauryme su nuolydZiu j
lauka.
Pro skyle prakiskite jterptinj vamzdj.

3 | sieninj vamzd] jstatykite sieninj dangt;.
ab

i N

b a (mm)
a [terptinis sieninis vamzdis
b  Glaistas

¢ Sienos kiaurymeés dangtelis

4 |renge instaliacijg, 3altnedio ir drenazo vamzdynus, NEPAMIRSKITE
uzsandarinti tarpo glaistu.

6.3.4 Kaip nuimti vamzdzio angos dangtj

Norédami prijungti vamzdynga desiniojoje puséje, deSiniajame apatiniame kampe,
kairiojoje puséje arba kairiajame apatiniame kampe, TURITE nuimti vamzdzio angos
dangtj.

1 Rankiniu pjuklu nupjaukite vamzdZio angos dangtj (i$ priekiniy groteliy vidaus).

PASTABA
NENAUDOKITE Znypliy vamzdZio angos dangciui nuimti, nes apgadinsite priekines

groteles.

6.3.5 Drenazo uztikrinimas

UZtikrinkite tinkama kondensato nutekéjima. Akcentai:
= bendrosios rekomendacijos;
= drenazo vamzdyno prijungimas prie patalpos bloko;

= vandens nuotékiy paieska.
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Bendrosios rekomendacijos

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad drenazo vamzdynas bdty kaip jmanoma
trumpesnis.

= Vamzdyno dydis. Jei reikia drenaZo Zarnos tesinio arba jterptinio drenaZo
vamzdyno, panaudokite atitinkamas dalis, derancias su Zarnos priekiniu galu.

o 9

—

Q &

PASTABA
* DrenaZo Zarna jrenkite su nuolydZiu Zemyn.

® Gaudykliy naudoti NEGALIMA.

= NEKISKITE Zarnos galo j vanden;.

= DrenaZo Zarnos tesinys. Zarnai pratesti naudokite @16 mm vidinio skersmens
vietinio tiekimo Zarnos atkarpa. Zarnos tesinio patalpos atkarpoje NEPAMIRSKITE
panaudoti Silumos izoliacijos vamzdzio.

a ©
‘ Q

a DrenaZo zarna, pateikta su patalpos bloku
b Silumos izoliavimo vamzdis (jsigyjama atskirai)
¢ DrenaZo zarnos ilginimo atkarpa

= Standus polivinilo chlorido vamzdis. Standy polivinilo chlorido vamzdj (vardinis
@13 mm) jungiant tiesiogiai prie drenaZzo Zarnos, kaip ir jterptinio vamzdyno
atveju, reikia naudoti vietinio tiekimo drenazo mova (vardinis @13 mm).

a X b c
et R

a DrenaZo Zarna, pateikta su patalpos bloku
b @313 mm vardinio skersmens drenaZo mova (vietinis tiekimas)
¢ Standus polivinilo chlorido vamzdis (vietinis tiekimas)

= Kondensacija. Imkités priemoniy dél kondensacijos. lzoliuokite visg drenazo
vamzdyng, esantj pastato viduje.

1 Jkiskite drenaZo Zarng j drenaZo vamzdj, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje,
kad jos NEISTRAUKTY i§ drenaZo vamzdio.

I

>50

-|.| mm
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Kaip prijungti vamzdynga desSiniojoje puséje, gale desinéje arba apacioje desinéje

INFORMACUA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje puséje. Jei vamzdyna norite
jungti kairiojoje puséje, nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

i

1 Naudodami lipnigjg viniline juostg, pritvirtinkite drenazo Zarng prie Saltnesio
vamzdziy apacios.

2 Apvyniokite drenaZo Zarng ir Saltnesio vamzdzius izoliacine juosta.

Vamzdynas desinéje

Vamzdynas desinéje, apacioje

Vamzdynas desinéje, gale

Nuimkite desiniojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite desiniojo apatinio vamzdyno angos dangtj

T o O w>

Kaip prijungti vamzdyna kairiojoje puséje, gale kairéje arba apacioje kairéje

INFORMACUA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje puséje. Jei vamzdyng norite
jungti kairiojoje puséje, nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

i

1 Atsukite deSinéje esantj izoliacijos fiksavimo sraigtg ir nuimkite drenazo Zarng.

2 Kairiojoje puséje nuimkite drenazo kamstj ir prijunkite jj prie desiniosios pusés.

PASTABA
Kai montuosite, NETEPKITE drenazo kamscio tepimo alyva (Saltnesio alyva). Drenazo

kamstis gali sugesti ir tapti nesandarus.

I Fo—--2
_____ ]
a

a 4 mm Sesiabriaunis raktas

=

3 |kiskite drenaZo Zarng kairiojoje puséje ir nepamirskite jos priverzti fiksavimo
sraigtu, nes priesingu atveju gali atsirasti vandens nuotékiy.

a lzoliacijos fiksavimo sraigtas
b DrenaZo Zzarna
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4 Lipnigja viniline juosta pritvirtinkite drenaZo Zarng prie SaltneSio vamzdziy
apacios.

Vamzdynas kairéje

Vamzdynas gale kairéje

Vamzdynas apacioje kairéje

Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite vamzdyno apacioje kairéje angos dangtj

To 0O m>

Vandens nuotékiy paieska
1 Nuimkite oro filtrus.

2 Létai jpilkite mazdaug 1 | vandens j drenaZo rinktuve ir patikrinkite, ar néra
vandens nuoteékiy.

6.4 Ausalo vamzdZiy prijungimas

6.4.1 Apie auSalo vamzdeliy prijungima

Prie$ prijungiant ausalo vamzdelius

Jsitikinkite, kad sumontuoti lauke ir patalpose naudojami jrenginiai.

Jprastiné darbo eiga
Ausalo vamzdeliy prijungima sudaro Sie veiksmai:
= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio
= Ausalo vamzdeliy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio
= Ausalo vamzdeliy izoliavimas
= Atminkite rekomendacijas, susijusias su:
- vamzdziy lenkimu;
- vamzdzio galo platinimu;

- uzdarymo voztuvy naudojimu.

6.4.2 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo vamzdelius

INFORMACUA

Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

i

* Bendrosios saugos atsargumo priemoneés

= Pasiruosimas
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PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyvg tepkite tik iSplatéjimo viduje.
Naudokite Saldymo alyva, skirtg R32.

= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

DEMESIO
= Ant platéjanciosios dalies NENAUDOKITE mineralinés alyvos.

®= NIEKADA nemontuokite prie Sio R32 bloko dzZiovintuvo, kad nesutrumpéty jo
eksploatacija. DZiovinimo medZiaga gali iStirpti ir apgadinti sistema.

PASTABA
Ausalo vamzdeliy sistemoje laikykités Siy atsargumo priemoniy:

C DEMESIO
® Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.

= Neleiskite jokioms pasalinéems medziagoms, iSskyrus nuodyta ausala, jsimaisyti
ausalo ciklg (pvz., orui).

= Pildydami ausala naudokite tik R32.

® Naudokite tik tuos montavimo jrankius (pvz., kolektoriaus manometro rinkinj),
kurie isimtinai naudojami R32 sistemose, kad atlaikyty slégj ir kad pasalinés
medziagos (pvz., mineralinés alyvos ir drégmeé) nejsimaisyty j sistema.

= Vamzdelius montuokite taip, kad praplatinimo NEVEIKTY mechaniné jtampa.

= Apsaugokite vamzdelius, kaip aprasyta lenteléje toliau, kad j juos nepatekty
purvas, skystis ar dulkés.

= Pravesdami varinius vamzdelius per sienas, bikite atsargls (zr. paveikslélj toliau).

X & X e

Jrenginys Montavimo laikotarpis Apsaugos biidas
Lauke naudojamas >1 ménuo UZspauskite vamzdelj
renginys <1 ménuo UZspauskite vamzdelj arba
Patalpose naudojamas Nepriklausomai nuo uzklijuokite lipnia juosta
jrenginys laikotarpio
° INFORMACIUA
l Pries tikrindami ausalo vamzdelius NEATIDARYKITE ausalo stabdymo voztuvo. Kai

reikia papildomai jleisti auSalo, uzpildzius rekomenduojama atidaryti ausalo
stabdymo voztuva.

6.4.3 Gairés prijungiant ausalo vamzdelius

Jungdami vamzdzius, atsizvelkite j Sias rekomendacijas:

= Jungdami platinimo verzle, padenkite iSplatéjimo vidinj pavirSiy eteriniu arba
esterio aliejumi. Ranka priverzkite 3—4 apsisukimus ir tada priverzkite smarkiai.
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= Atlaisvindami platinimo verzle, VISADA naudokite 2 verZliarakcius.

= Jungdami vamzdyng, platinimo verzlei priverzti VISADA naudokite verzliaraktj ir
dinamometrinj verzliaraktj. Taip iSvengsite verzlés trakinéjimo ir nuotékiy.

a Dinamometrinis verzliaraktis
b Verizliaraktis
¢ Vamzdziy jmova
d Platinimo verzlé
Vamzdyno dydis | Priverzimo sukimo | Platéjanciosios Platéjanciosios
(mm) momentas (Nem) |jungties matmenys| jungties forma
(A) (mm) (mm)
@6,4 15~17 8,779,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
@12,7 50~60 16,2~16,6

6.4.4 Vamzdeliy lankstymo gairés

Jiems lankstyti naudokite vamzdziy lankstytuvg. Vamzdelius visada lankstykite kaip
jmanoma atsargiau (lenkimo spindulys turi bati 30~40 mm ar didesnis).

6.4.5 Vamzdelio galo platinimas

A

DEMESIO

* Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad iSvengtuméte dujy nuotékio,
naudokite naujai praplatintus galus.

* Naudokite ktgines verzles, pridedamas prie jrenginio. Naudojant kitokias ktgines
verzles gali atsirasti ausalo dujy nuotékis.

1 Vamzdziy pjovikliu nupjaukite vamzdzio gala.

2 Pasalinkite Serpetas nuo pjovimo pavirsiaus, laikydami vamzdj nukreipta
zemyn, kad dalelés NEPATEKTY j vamzd;.

a Pjaukite tiksliai staciu kampu.
b Pasalinkite Serpetas.

3 Nuimkite platinimo verile nuo uZdarymo voZztuvo ir sumontuokite ant
vamzdzio.

4 ISplatinkite vamzdj. Nustatykite tiksliai toje vietoje, kaip parodyta tolesnéje
iliustracijoje.

Trumpasis montuotojo vadovas
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1A

R32 platinimo jrankis Tradicinis platinimo jrankis
(sankabos tipo) Sankabos tipas Sparnuotosios verzlés
(Ridgid) tipas
(Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Patikrinkite, ar gerai iSplatinta.
a = b

a ISplatéjimo vidinis pavirsius TURI bati be trikumy.
b Vamzdzio galas TURI bati iSplatintas tolygiai, tobulu apskritimu.
¢ PasirGpinkite, kad baty sumontuota platinimo verzle.

6.4.6 Ausalo vamzdziy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad Saltnesio vamzdynas bty kaip jmanoma
trumpesnis.

= Platéjimo jungtys. Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite Saltnesio jungtis prie
bloko.

= lzoliacija. Izoliuokite patalpos bloko Saltnesio vamzdyng, jungiamajj kabelj ir
drenazo zarng:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Skyscio vamzdis

Skyscio vamzdZio izoliacija
Apdailos juostele

DrenaZo Zarna

| -~ Q0 T O

PASTABA
Bdtinai izoliuokite visg Saltnesio vamzdyna. Jei bet kuri dalis bus atvira, gali susidaryti

kondensato.
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6.5 Elektros laidy prijungimas

6.5.1 Apie elektros laidy prijungimag

Jprastiné darbo eiga

Elektros instaliacijos prijungimo procesas paprastai susideda is Siy etapy:

1

2
3
4

Jsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka bloky elektros specifikacijas.
Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko.

Prijunkite elektros laidus prie patalpos bloko.

Prijunkite maitinima.

6.5.2 Atsargumo priemoneés jungiant elektros laidus

i

INFORMACUA

Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

® Bendrosios saugos atsargumo priemonés

= Pasiruosimas

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuva su bent 3 mm tarpu tarp kontaktiniy
tasky, uztikrinantj visiska atjungima pagal virsjtampio Il kategorija.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti pavojy jj TURI pakeisti
gamintojas, jo priezilros agentas arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

|SPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj
arba sukelti gaisra.

|SPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt. komponenty maitinimo nuo kontakty
bloko. Kitaip galite gauti elektros smigj arba sukelti gaisrg.

> B BB PPEP

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés izoliacijos neturinciy variniy
vamzdziy, nes tokie vamzdziai labai jkaista.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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6.5.3 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

Atminkite, kad:

= Jei naudojami suvytieji laidai, ant laido galo uzdékite apvaly uzspaudZiamo tipo
gnybty. Uzdékite apvaly uZspaudziamo tipo gnybtg ant laido iki izoliacijos ir
pritvirtinkite gnybtg atitinkamu jrankiu.

b a

a  Suvytasis laidas
b Apvalus uzspaudziamo tipo gnybtas

= Laidus junkite Siais bidais:

Laido tipas Prijungimo budas
Viengyslis laidas cb
i AA
tA @ |_A%t °:@ﬂ
g—a a
a Spiralinis viengyslis laidas
b Varztas
¢ Ploks¢ioji poverzlé
Suvytasis laidas su cb a be
apvaliu uzspaudziamo |EL) B JJ
tipo gnybtu
po gy ) & AN 2
a Gnybtas
b Varztas
¢ Ploks¢ioji poverZlé
O LeidZziama
X NELEIDZIAMA
PriverZimo sukimo momentai
Elementas Priverzimo sukimo momentas (Nem)
M4 (X1M) 1,2
M4 (jZeminimas)

= JZeminimo laidas tarp laido fiksatoriaus ir kontakto turi bati ilgesnis nei kiti laidai.

1-3

S

6.5.4 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos

Komponentas
Jungiamasis kabelis (patalpa<=>laukas) Keturgyslis kabelis 1,5~2,5 mm?,
tinka 220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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6.5.5 Kaip prijungti elektros laidus prie patalpos bloko
Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis jrengimo vadovu ir
nacionalinémis elektros instaliacijos taisyklémis arba praktikos kodeksu.

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy. Naudokite Zymas
"A" kaip orientyra.

a Montavimo plokste (priedas)
b Jungiamasis kabelis
¢ Vielinis kreiptuvas

2 Atidarykite priekinj skydelj ir prieZidros dangtj. Zr. "6.2 Patalpos bloko
atidarymas" [» 24].

3 Prakiskite lauko bloko jungiamajj kabelj pro prakisimo kiauryme sienoje,
patalpos bloko galine ir priekine puses.

Pastaba: jei nuo jungiamojo kabelio buvo i§ anksto pasalinta izoliacija, uzdenkite
galus izoliacine juosta.

4 Uilenkite kabelio galg aukstyn.

PASTABA
= Svarbu, kad maitinimo ir informacijos perdavimo linijos bty atskirtos viena nuo

kitos. Informacijos perdavimo ir maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bati
nutiesti lygiagreciai.

= Kad iSvengtumeéte elektriniy trukdziy, atstumas tarp abiejy tipy laidy VISADA turi
bdti bent 50 mm atstumas.

ISPEJIMAS
Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobsciu maziems

gyvinéliams. Maziems gyvinéliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzZsidegti.

a Kontakty blokas
b  Elektros komponenty blokas
¢ Kabelio spaustukas

Pasalinkite mazdaug 15 mm izoliacijos nuo laidy galy.

Atitaikykite laidy spalvas pagal patalpos bloko kontakty bloky kontakty
numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamy kontakty.

Prijunkite jZeminimo laidg prie atitinkamo kontakto.
Gerai uzfiksuokite laidus kontakty sraigtais.

Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada uzfiksuokite laidus
fiksatoriumi.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B |4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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10 Suformuokite laidus taip, kad bty galima tinkamai uZfiksuoti prieZitros
dangtj, tada §j uzdarykite.

6.5.6 Pasirinktiniy priedy prijungimas (laidiné naudotojo sgsaja, centriné naudotojo sgsaja,
belaidis adapteris ir pan.)

1 Nuimkite elektros instaliacijos skydo dangtj (zr. "6.2.5 Kaip nuimti elektros
instaliacijos skydo dangtj" [» 25]).
2 Prijunkite jungiamajj kabelj prie S21 jungties ir iStraukite laidy pyne, kaip
parodyta tolesnéje iliustracijoje.
a

a Laidy pyneés S21 tiesimas belaidZziam adapteriui
b Laidy pynés S21 tiesimas kitais tikslais
¢ Jungtis S21

3 Sumontuokite elektros instaliacijos skydo dangtj atgal ir apveskite laidy pyne
aplink jj, kaip parodyta pirmesnéje iliustracijoje.

6.6 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo pabaiga

6.6.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna, Saltnesio vamzdyng ir jungiamajj kabelj

1 Tai atlikite jrenge drenazo vamzdyng, S$altneSio vamzdyng ir elektros
instaliacijg. Apvyniokite SaltneSio vamzdZius, jungiamajj kabelj ir drenaZo Zarna
izoliacine juosta. Kiekvieno postkio metu perdenkite bent puse juostelés

plocio.
a.

L

(=3

a

(\
&

ElG]

o

Drenazo zarna

Jungiamasis kabelis

Montavimo plokste (priedas)

Saltnesio vamzdynas

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)

mon T O
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f  Apatinis rémas

6.6.2 Kaip prakisti vamzdZius pro sienos kiauryme

1 Suformuokite drenazo vamzdzius iSilgai vamzdzio kelio Zymos ant montavimo
ploksteés.

7=
Cr
7

—
Py LD
e mr

b \%Y :

c c d e

Drenazo zarna

UZglaistykite angg arba uzkamsykite kamsalu
Lipnioji viniliné juosta

Izoliaciné juosta

Montavimo ploksté (priedas)

PASTABA
= NELANKSTYKITE Saltnesis vamzdziy.

= NESTUMKITE Saltnesio vamzdziy ant apatinio remo arba priekiniy groteliy.

D QN TOQ

2 Prakiskite drenaZo Zarng ir SaltneSio vamzdZius pro kiauryme sienoje.

6.6.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo plokstés

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy. Naudokite Zzymas
"A" kaip orientyra.

g
S

2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinj rémg, kad nustatytuméte jj ant
montavimo plokstés apatiniy kabliy. PasirGpinkite, kad laidai NEBUTY niekur
suspausti.

Pastaba: pasirGpinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBUTU suspausti patalpos bloke.

3 Abiem rankomis paspauskite apatinj patalpos bloko krastg, kad jj tvirtai
uzfiksuoty montavimo plokstés kabliai.

4 Pritvirtinkite patalpos blokg prie montavimo plokstés, naudodami 2 patalpos
bloko fiksavimo sraigtus M4 x 12L (priedas).
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7 Konfiglracija

7.1 Kito adreso nustatymas

Jei 1 patalpoje jrengti 2 patalpos blokai, galima 2 naudotojo sgsajoms nustatyti
skirtingus adresus.

1 ISimkite i$ naudotojo sgsajos maitinimo elementus.

2 Nukirpkite adreso trumpiklj.

0

PP [

JJ‘ [+ [

a Adreso trumpiklis

PASTABA
Bakite atsargis, kad NEPAZEISTUMETE aplinkiniy daliy, kai kirpsite adreso trumpiklj.

3 Jjunkite maitinima.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir uZsidarys j nustatytg atskaitos
padét;.

INFORMACUA

= FTXF ir ATXF blokuose per 5 minutes nuo maitinimo jjungimo TURI buti atlikta
toliau nurodyta nustatymo proceddra.

i

= Jei laiku NEATLIKSITE nustatymo proceddros, iSjunkite maitinima ir palaukite bent
1 minute pries vél jj jjungdami.

4 \Vienu metu paspauskite:

Modelis Mygtukai
FTXP (vée), ) ir

o @3 () 2

5 Paspauskite:

Modelis Mygtukas

FTXP [rewe)
FTXF

6 Pasirinkite:

Modelis Simbolis
FTXP A

FTXF N

7 Paspauskite:

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Modelis Mygtukas
FTXP
FTXF

a
b

ON/OFF /7 _,——b

7

Veikimo indikatorius

Patalpos bloko ON/OFF jungiklis

8 Kol mirksi veikimo indikatorius, paspauskite patalpos bloko ON/OFF jungiklj.

Trumpiklis Adresas
Gamykliné nuostata 1
Nukirpus Znyplémis 2

i

INFORMACUA

Jei NEPAVYKS atlikti nustatymo procedtiros mirksint veikimo lemputei, pakartokite jg

iS pradziy.
9 Nustate paspauskite:
Modelis Mygtukas
FTXP Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes.
FTXF

Rezultatas: naudotojo sgsajoje grazinamas ankstesnis ekranas.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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8 Paruosimas naudoti

8.1 Apzvalga: paruosimas naudoti

Siame skyriuje rasoma, ka turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai atiduoti
eksploatuoti sumontuotg sistema.

Jprastiné darbo eiga

Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda i$ tokiy etapy:
1 "Kontrolinio sgraso prie$ atiduodant eksploatuoti" patikra.
2 Sistemos eksploatacijos bandymo vykdymas.

8.2 Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzig

Sumontave blokg, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Atlikus visus
patikrinimus, jrenginj reikia uzdaryti. Uzdare jjunkite jrenginj.

L]

Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta montuotojo informaciniame
vadove.

Patalpos blokai sumontuoti tinkamai.

Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

L
L
L

Oro jleidimo / i$leidimo anga

Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir isleidimo angas NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar
kitos medziagos.

[l

NETURI bati trakstamy faziy arba sukeisty faziy.

[l

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

[l

Drenazas
Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.

Galima pasekmeé: Gali laséti vandens kondensatas.

Sistema tinkamai jZeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.

Saugikliai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi bati jrengiami pagal §j dokumentg ir NEAPEITI.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa.

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji laidai.

Patalpos blokas priima naudotojo sgsajos signalus.

Jungikliy déZutéje NERA atsilaisvinusiy jung€iy arba sugedusiy elektros komponenty.

Kompresoriaus izoliacijos varza yra tinkama.

Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA sugadinty komponenty arba
suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuotékio.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

0o o oy oojoogjo|gig

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir skyscio) visiSkai atidaryti.

Trumpasis montuotojo vadovas

42

4 DAIKIN FTXPS0~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
4P513661-8H - 2019.12



8 | Paruosimas naudoti

8.3 Eksploatacijos bandymas

Bitina salyga: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg diapazona.

Butina salyga: Eksploatacijos bandyma galima atlikti vésinimo arba Sildymo rezimu.

Batina salyga: Eksploatacijos bandymg reikia atlikti vadovaujantis patalpos bloko
eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys veikty tinkamai.

1

Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausig programuojamg temperatira. Sildymo
reZimu pasirinkite auks$ciausia programuojamg temperatdrg. Prireikus
eksploatacijos bandyma galima isjungti.

Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatdros lygj. Vésinimo
rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

Sistema nustoja veikti praéjus 3 minutéms nuo bloko isjungimo.

8.3.1 Eksploatacijos bandymas Ziemos sezonu

Eksploatuojant oro kondicionieriy vésinimo reZimu Ziemg, eksploatacijos
bandymas atliekamas tolesniu bddu.

FTXP blokams

1
2
3
4
5

6

Vienu metu paspauskite m, @ ir COFF),

Paspauskite m

Pasirinkite 7~

Paspauskite (@FAN),

Paspauskite , kad jjungtuméte sistema.

Rezultatas: eksploatacijos bandymas automatiskai sustos po 30 minuciy.
Norédami sustabdyti procedirg, paspauskite (CoFF),

FTXF ir ATXF blokams

Paspauskite , kad jjungtumeéte sistema.
Vienu metu paspauskite TEMP centry, @ ir .
Paspauskite du kartus.

Rezultatas: ekrane pasirodys 7. Eksploatacijos bandymas parinktas.
eksploatacijos bandymas automatiskai sustos po 30 minuciy.

Norédami sustabdyti procedirg, paspauskite .

° INFORMACIA
l Eksploatacijos bandymo rezimu kai kurios funkcijos NEVEIKIA.

Jei elektros tiekimas nutriksta veikiant jrenginiui, sistema automatiskai jsijungia
véliau, kai elektros tiekimas vél atkuriamas.
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9 Perdavimas vartotojui
Jei per bandomajj paleidimg jrenginys veikia tinkamai, paaiskinkite vartotojui Siuos
dalykus:

= Pasirlpinkite, kad vartotojas iSspausdinty dokumentacijg ir paprasykite saugoti ja
ir naudotis ateityje. Informuokite vartotojg, kad jis gali rasti visus dokumentus
Siame vadove nurodytoje svetainéje.

= Paaiskinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemg ir kg daryti kilus
problemy.

= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio prieZiGros darbus jis gali atlikti.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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10 ISmetimas

PASTABA
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio,

alyvos ir kity komponenty tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti j specializuotg pakartotinio panaudojimo, perdirbimo
ir utilizavimo jstaiga.
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11 Techniniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal

(taikomas tapatumo nustatymas).

11.1 elektros instaliacijos schema.

Elektros instaliacijos schema pateikiama kartu su bloku, ji pateikta lauko bloke
(virSutinés plokstés apatinéje puséje).

11.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio pateiktoje elektros
instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija vykdoma arabiskais skaitmenimis
didéjancia tvarka, tolesnéje apzvalgoje ji Zzymima "*" dalies kode.

Simbolis  ReikSmé Simbolis ReikSmé
_ Jungtuvas D Apsauginis jZeminimas
- Jungtis Apsauginis jZeminimas
(sraigtas)
ss= eafl | Jungtis ® Lygintuvas
+ JZeminimas - Relés jungtis
W m:-- | Vietiné instaliacija @ Trumpojo jungimo
jungtis
B — Saugiklis o Kontaktas
ﬂ):%\og Patalpos blokas o Kontakty juosta
L1 Lauko blokas oe Laidy spaustukas
Simbolis  |Spalva Simbolis Spalva
BLK Juoda ORG Oranzine
BLU Meélyna PNK Roziné
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné
GRN Zalia RED Raudona
GRY Pilka WHT Balta
YLW Geltona
Simbolis ReikSmeé
A*Pp Spausdintinés schemos plokste
BS* Jjungimo/isjungimo mygtukas, valdymo
jungiklis
BZ, H*O Zirzeklis
c* Kondensatorius
Trumpasis montuotojo vadovas |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B

46

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

4P513661-8H —2019.12



11 | Techniniai duomenys

Simbolis ReikSmeé

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, | Sujungimas, jungtis

MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,

K*R_*

D*, V*D Diodas

DB* Diody tiltas

DS* DIP jungiklis

E*H Sildytuvas

FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB, bloko

viduje)

FG* Jungtis (rémo jZeminimas)

H* Laidy pyne

H*P, LED*, V*L Kontroliné lemputé, Sviesos diodas

HAP Sviesos diodas (veikimo stebéjimo,
Zalias)

HIGH VOLTAGE Aukétoji jtampa

IES Jutiklis "Intelligent Eye"

IPM* ISmanusis maitinimo modulis

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K¥*M Magnetiné relé

L Teka srove

L* Rite

L*R Reaktorius

M * Zingsninis variklis

M*C Kompresoriaus variklis

M*F Ventiliatoriaus variklis

M*P DrenaZo siurblio variklis

M*S Sukiojimo variklis

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetiné relé

N Neutralus

n=*, N=* Praginy pro ferito Serdj skaicius

PAM Moduliuojamos amplitudés impulsas

PCB* Spausdintinés schemos plokste

PM* Maitinimo modulis

PS Maitinimo $altinio perjungimas

PTC* PTC termistorius

Q* Izoliuotyjy varty dvipolis tranzistorius
(IGBT)

Q*DlI Nuotékio j jZeminimo grandine
jungtuvas

SIS O g AT I o T e o
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Simbolis Reiksmé

Q*L Apsauga nuo perkrovos
Q*M Termojungiklis

R* Varzas

R*T Termistorius

RC Imtuvas

S*C Ribinis jungiklis

S*L Pladinis jungiklis

S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)
S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)
S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)
S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)
S*T Termostatas

S*RH Drégnumo jutiklis

S*W, SW* Valdymo jungiklis

SA*, F1S Virsjtampio slopintuvas

SR*, WLU Signalo imtuvas

SS* Rinkiklis

SHEET METAL

Kontakty juostos fiksuotoji plokste

T*R

Transformatorius

TC, TRC Siystuvas

V*, R*V Varistorius

V*R Diody tiltas

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Kontaktas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio voztuvo
rite

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F Triuksmo filtras

Trumpasis montuotojo vadovas
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12 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis gaminio montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoneé, galinti atlikti arba organizuoti bating gaminio technine
priezilra.
Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfiglruoti ir priziGréti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Techninés priezitros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis
(jei tinkamas), kaip gaminj arba jrangg montuoti, konfiglruoti, eksploatuoti
ir (arba) prizidréti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Pasirinktiné jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
Jsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
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