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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

1.1 Informacija par dokumentaciju

= QOriginala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir originalo
dokumentu tulkojumi.

= Saja dokumenta aprakstitie drogibas pasdkumi attiecas uz |oti svarigdm témam
un ir rapigi jaievero.
= Sistéemas uzstadisana un visas darbibas, kas aprakstitas uzstadisanas

rokasgramata un uzstaditdja uzzinu rokasgramatd, JAVEIC pilnvarotam
uzstaditajam.

1.1.1 Bridinajumu un simbolu nozime

BISTAMI!

Norada situaciju, kas izraisa navi vai nopietnu savainosanos.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit elektrotrieciena sanemsanu.

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit apdegumu gisanu |oti augstas vai zemas
temperatlras iedarbibas rezultata.

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Norada iesp&jami spradzienbistamu situaciju.

BRIDINAJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai nopietnu savainosanos.

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

UZMANIBU!

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai ari vieglu vai vidéji smagu savainosanos.

PAZINOJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit aprikojuma vai pasuma bojajumus.

INFORMACIA

Norada noderigus padomus vai papildinformaciju.

=NON 2Nl il i gl

Uz iekartas izmantotie simboli:
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Daikin telpu gaisa kondicionétajs
4 4P513661-8H - 2019.12



1 | Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

Simbols Paskaidrojums

E:IE Pirms uzstadisanas izlasiet uzstadidanas un ekspluatacijas
rokasgramatu, ka ari elektriskas shémas instrukciju.

@ Pirms apkopes un servisa darbu veiksanas izlasiet apkopes
rokasgramatu.

[m] Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja uzzinu
rokasgramata.

Dokumentacija izmantotie simboli:

Simbols Paskaidrojums

Norada attéla nosaukumu vai atsauci uz to.

Piemeérs: "@ 1-3 att." nozime "3. attéls 1. nodala".

% Norada tabulas nosaukumu vai atsauci uz to.

sn

Piemérs: "= 1-3 tab." nozimé "3. tabula 1. nodala".

1.2 Informacija uzstaditajam

1.2.1 Visparigi

Ja neprotat uzstadit vai lietot iekartu, tad versieties pie izplatitaja.

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

® Darbibas laika un uzreiz péc tas neskarieties pie dzesétaja caurulém, tdens
cauruléem un iekséjam daJam. Tas var bat parak karstas vai parak aukstas.
Nogaidiet, lidz to temperatlra atgriezisies normas robezas. Ja tomeér
nepiecieSams tam pieskarties, valkajiet aizsargcimdus.

= NEPIESKARIETIES noplidusam dzesétajam.

BRIDINAJUMS

Nepareiza aprikojuma vai piederumu uzstadisana var izraisit elektrotriecienu,
issavienojumu, nopltdes, aizdegsanos vai citadi bojat aprikojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprikojumu un rezerves dalas, kuras razojis vai apstiprinajis
uznémums Daikin.

BRIDINAJUMS

Nodrosiniet, lai uzstadisana, parbaudes un izmantotie materiali atbilstu piemérojamo
likumdosanas aktu prasibam (papildus Daikin dokumentacija aprakstitajam
instrukcijam).

UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet atbilstoSu personas
aizsargaprikojumu (aizsargcimdus, aizsargbrilles utt.).

> B> B B P

BRIDINAJUMS

Noplésiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisinus, lai ar tiem neviens
nespélétos, it pasi bérni. Pretéja gadijuma iespéjams nosmaksanas risks.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu ka patvérumu izmanto
nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki, saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit
nepareizu darbibu, dimosanu vai aizdegsanos.

UZMANIBU!

NEAIZTIECIET iekartas gaisa ievadu un aluminija ribas.

UZMANIBU!
= Uz iekartas augséjas virsmas NENOVIETOJIET nekadus objektus un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas.

PAZINOJUMS

Lai arpus telpam uzstadamaja iekarta neiek|ttu Gdens, darbus ir ieteicams veikt sausa
un skaidra laika.

@ BB P

Saskana ar attiecigiem likumdoSanas aktiem var but nepiecieSams lidz ar
izstradajumu piegadat Zurnalu, kas satur vismaz $adas zinas: informaciju par
apkopi, remontu, parbaudes rezultatiem, dikstaves periodiem utt.

Pieejama vieta uz izstradajuma JABUT sniegtai ari $adai informacijai:

= Instrukcija par sistémas izslégsanu arkartas gadijumos.

= Ugunsdzeseju, policijas un slimnicas nosaukums un adrese.

= Pakalpojuma kontaktdati — nosaukums, adrese, diena sun nakts talruna numuri.

Instrukcija par sada Zurnala sastadisanu ir ieklauta Eiropas standarta EN378.

1.2.2 Uzstadisanas vieta

= Ap iekartu atstajiet pietiekami daudz brivas vietas, lai nodroSinatu gaisa
cirkulaciju un varétu veikt iekartas remontu.

= Parliecinieties, ka virsma uz kuras veic uzstadiSanu, izturés iekartas svaru un
vibraciju.

= Gadajiet, lai telpa bltu laba ventilacija. NEDRIKST aizsegt ventilacijas atveres.

= Nodrosiniet, lai iekarta bdtu nolimenota.

NEUZSTADIET iekartu talak minétajas vietas.

= Vietas, kur pastav potenciali spradzienbistama atmosféra.

= Vietas, kur atrodas masinérija, kas izdala elektromagnétiskos vilnus.
Elektromagnétiskie vilni var traucét vadibas sistémai un izraisit aprikojuma
darbibas traucéjumus.

= Vietas, kur pastav aizdegSanas risks uzliesmojoSu gazu noplddes (pieméram,

______

puteklu klatbitnes dé|.

= Vietas, kur rodas korozivas gazes (pieméram, sérskabes gaze). Vara caurulu vai
lodéto savienojumu korozija var izraisit dzesétaja noplddes.

= Vannas istabas.

Instrukcija iekartai ar aukstumagentu R32

Ja tiek izmantots.

Uzstaditaja uzzinu gramata |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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1 | Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

BRIDINAJUMS

* Nedurt un nededzinat.

= AtkauséSanas procesa paatrinasanai neizmantojiet nekadus citus lidzeklus,
iznemot razotaja ieteiktos.

® Nemiet véra, ka aukstumagents R32 ir BEZ smarzas.

BRIDINAJUMS

No mehaniskiem bojajumiem pasargatu iekartu uzglaba labi védinama telpa, kur nav
aizdegSanas avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai elektriska silditaja,
kas pastavigi darbojas); telpas izmériem jabdat atbilstosiem talak minétajiem.

PAZINOJUMS
= NEDRIKST otrreiz izmantot ieprieks lietotus savienojumus.

= DzeséSanas sistémas uzstadisanas laika izveidotajiem savienojumiem ir jabut
pieejamiem apkopei.

> o B P

BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijam un
attiecigiem tiesibu aktiem (pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmantosSanu) un
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals.

UzstadiSanas vietas prasibas

®

PAZINOJUMS
® Caurulém jabdt aizsargatam pret mehaniskiem bojajumiem.

= Jauzstada péc iespéjas 1saki caurulvadi.

A

BRIDINAJUMS

Jaiekarta ir aukstumagents R32, tad telpa, kur iekarta ir uzstadita, tiek ekspluatéta un
uzglabata, gridas platibai JABUT lielakai par minimalo gridas platibu, kdda noradita
tabula zem A (m?). Tas attiecas uz:

= |eksgjiem blokiem bez aukstumagenta noplldes devéja; ja iekséjie bloki ir ar
aukstumagenta nopltdes devéju, tad sk. uzstadisanas rokasgramatu.

= Aréjo bloku, kas uzstadits vai glabajas telpa (piem., ziemas darza, garaia,
masintelpa).

= Caurulvadiem vietas, kur trakst ventilacijas.

Minimalas gridas platibas noteiksana

1 Nosakiet kopéjo aukstumagenta daudzumu sistéma (= rUpnica uzpilditais
aukstumagents @ + ® papildus uzpilditais aukstumagents).

M Contains fluorinated greenhouse gases

e I

GWP: xxx

S —

(2]

I_. 9 9+0-= kg
GWP x kg _|
L4 =000 | tCO,eq

2 Nosakiet attiecigo grafiku vai tabulu.
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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= |ek$ejam blokam: Vai iekarta uzstadita pie griestiem, pie sienas vai uz gridas?
= Aréjam blokam, kas uzstadits vai glabajas telpa, un aréjam caurulvadam
vietas bez ventilacijas tas ir atkarigs no uzstadisanas augstuma:

Ja uzstadisanas augstums ir... Tad izmantojiet grafiku vai tabulu...
<1,8m Bloks uzstadits uz gridas
1,8<x<2,2 m Bloks uzstadits pie sienas
>2,2m Bloks uzstadits pie griestiem

3 Izmantojiet grafiku vai tabulu, lai noteiktu minimalo gridas platibu.
Amin (mz)

p,
N U ©

330 &

&
N0,
Saryy:

)\’\\\‘ ——
0 Wall-? ouned o —
— — |

e
- R € :
20 1 5iing-moun

10 : | — ——

1822026 3 |34[38]42/46| 5 |54/58(62/66|7 |74]|78
12024 28 32 38 44 48 52 58 64 68 72 76 8om (kg)
1843 7956
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1 | Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

1.2.3 Dzeséjosa viela

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit©
m (kg)—A_, (m?)  m(kg)—A_ (m?) m(kg)—A_ (m?)

<1.842—— <1.842 —— <1.842——

1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0
22—434 22—531 22—412
24—4.74 24—5.79 24—490
26—5.13 2.6—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 2.8—66.7
3.0—5.92 3.0——8.51 3.0—76.6
3.2—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 34—984
3.6—8.20 36—123 3.6—110
3.8——9.14 3.8—13.7 3.8—123
4.0——10.1 4.0—15.1 40—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44——123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48—21.8 4.8——196
50—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 5.2——230
54—185 54—27.6 54——248
5.6——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——21.3 58—31.8 5.8——286
6.0——22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4——259 6.4——38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6 —41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2—441
7.4——34.7 74—51.8 7.4——466
7.6——36.6 7.6—54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8——57.5 7.8——518

7.956 ——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Kopéjais aukstumgenta daudzums sistéma

A

'min

Minimala gridas platiba

(a) Ceiling-mounted unit (= bloks uzstadits pie griestiem)
(b) Wall-mounted unit (= bloks uzstadits pie sienas)
(c) Floor-standing unit (= bloks uzstadits uz gridas)

Ja tiek izmantots. Plasaku informaciju skatiet uzstadisanas rokasgramata vai
attieciga lietojuma uzstaditaja uzzinu rokasgramata.

PAZINOJUMS

Nodrosiniet, lai dzeséjosas vielas caurulu uzstadisana tiktu veikta saskana ar
piemérojamo likumdosanu. Eiropa piemérojamais standarts ir EN378.

PAZINOJUMS

Gadajiet, lai aréjie caurulvadi NEBUTU noslogoti.

BRIDINAJUMS

Parbauzu laika NEKAD nelietojiet produkta spiedienu, kas ir lielaks par maksimalo
pielaujamo spiedienu (kas noradits datu plaksnité uz iekartas).

> B o ©

BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta dzesetaja nopllde, veiciet visus nepiecieSamos piesardzibas
pasakumus. Ja tiek konstatéta dzesétaja gazes noplide, nekavéjoties izvédiniet
telpas. lespéjamie riski:

® Parmeériga dzesétaja koncentracija slégta telpa var radit skabekla trakumu.

* Ja dzesétaja gaze nok|Ust saskaré ar liesmam, var rasties toksiska gaze.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

A2

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Izsuknésana — aukstumagenta nopliide. Ja vélaties izstknét sistému un ir noplide
aukstumagenta kontara:

= NEIZMANTOIJIET iekartas automatiskas izstiknésanas funkciju, ar kuru varat visu
aukstumagentu no sistémas parsiknét aréja bloka. lespéjamas sekas: lespéjama
kompresora aizdegSanas un spradziens, ja gaiss ieplist kompresora, kad tas
darbojas.

= |zmantojiet atsevidku atgi$anas sistému, lai NEDARBINATU iekartas kompresoru.

BRIDINAJUMS

VIENMER veiciet aukstumagenta atgi3anu. NEPIELAUJIET aukstumagenta nopladi
apkartéja vidé. Izmantojiet vakuumsakni, lai atgaisotu iekartu.

PAZINOJUMS

Kad visas caurules ir savienotas, parbaudiet, vai nav gazes noplides. Gazes noplides
noteiksanai izmantojiet slapekli.

PAZINOJUMS

= Lai novérstu kompresora darbibas trauc&jumus, NEDRIKST iepildit vairak par
noradito aukstumagenta daudzumu.

® Kad nepiecieSams atvért aukstumagenta sistému, ar aukstumagentu jarikojas
saskana ar attiecigajiem noteikumiem.

> © o P

BRIDINAJUMS

Nodrosiniet, lai sistéma nebdtu skabekla. Dzesétaju drikst uzpildit tikai péc tam, kad
ir veikta noplades parbaude un vakuumzavesana.

lespéjamas sekas: Kompresora pasaizdegSanas un eksplozija, jo skabeklis iek|ast
stradajosa kompresora.

= Ja nepiecieSama atkartota uzpilde, sk. iekartas datu plaksniti. Tur ir noradits
aukstumagenta tips un vajadzigais daudzums.

= |ekarta fabrika ir piepildita ar aukstumagentu, bet dazam sistémam var bat
nepiecieSama papildu uzpildisana atkariba no cauruju izmériem un to garuma.

= Lietojiet tikai $aja sistéma izmantotajam dzesésanas skidrumam paredzétos rikus,
lai nodrosinatu spiedienizturibu un noveérstu sveskermenu iekldsanu sistéma.

= Dzesésanas skidruma uzpildisana tiek veikta sadi:

Ja Tad

sifons”)

Tiek lietota sifona caurule

(pieméram, cilindram ir apzimé&jums
“Pievienots Skidruma uzpildisanas

Veiciet uzpildisanu ar augSupveérstu

cilindru.

Sifona caurule NETIEK lietota

Veiciet uzpildiSanu ar lejupveérstu

cilindru.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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1 | Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

= Lénam atveriet dzesésanas cilindrus.

= Uzpildiet dzesétaju Skidruma veida. Ja tiks pievienots gazes veida dzesétajs, var
tikt traucéta darbiba.

>

UZMANIBU!

Péc aukstumagenta iepildiSanas procediras beigam vai procedidras partraukuma
uzreiz noslédziet aukstumagenta tvertnes varstu. Ja varstu NENOSLEDZ uzreiz, tad
atlikusa spiediena ietekmé var tikt iepildits lieks aukstumagenta daudzums.
lespéjamas sekas: Nepareizs aukstumagenta daudzums.

1.2.4 Salsudens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas rokasgramata vai attieciga
lietojuma uzstaditaja uzzinu rokasgramata.

BRIDINAJUMS

Salstdens IR jaizvélas saskana ar piemérojamo likumdosanu.

BRIDINAJUMS

Ja tiek konstateta salsidens nopllide, veiciet visus nepieciesamos piesardzibas
pasakumus. Salsidens noplides gadijuma nekavéjoties izvédiniet telpas un
sazinieties ar vietéjo tirgotaju.

BRIDINAJUMS

lekarta esosa gaisa temperatlra var blt daudz augstaka par temperatiru telp3,
pieméram, 70°C. Salstdens noplides gadijuma iericé esosas sakarsusas dalas var
izraisit bistamu situaciju.

> B PP

BRIDINAJUMS

Instalacija IR jaizmanto un jauzstada saskana ar piemérojamaja likumdosana
noteiktajiem drosibas un vides aizsardzibas pasakumiem.

1.2.5 Udens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas rokasgramata vai attieciga
lietojuma uzstaditaja uzzinu rokasgramata.

®

PAZINOJUMS

Parliecinieties, vai Gdens kvalitate atbilst ES direktiva 98/83 EK noteiktajam prasibam.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

1.2.6 Elektriba

ﬁ BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

® Pirms nonemat slédzu karbas vaku, pievienojat elektriskos vadus vai pieskaraties
elektriskajam dalam, pilntba ATSLEDZIET stravas padevi.

= Pirms apkopes veiksanas stravas padevei jabut atvienotai ilgak neka mindti un ir
javeic sprieguma mérisana galvenas kédes kondensatoru spailés vai elektriskajas
dalas. Pirms pieskarsanas elektriskajam dalam [idzstravas spriegumam JABUT
mazakam par 50 V. Spailu atrasanas vietu skatiet elektroinstalacijas shema.

= NEPIESKARIETIES elektriskajam dalam ar mitram rokam.

= NEATSTAJIET iekartu bez uzraudzibas, ja ir nonemts apkopes parsegs.

BRIDINAJUMS
Ja rGpnica NAV uzstadits galvenais slédzis vai cits atvienoSanas lidzeklis, kas kontaktus

atvieno visos polos, nodrosinot pilnigu atvienosanu atbilstosi parsprieguma |l

kategorijas nosacijumiem, tas ir OBLIGATI jaieklauj fiksétaja elektroinstalacija.

ﬁ BRIDINAJUMS
= |zmantojiet TIKAI vara vadus.

= Gadajiet, lai aréjie vadi atbilstu attiecigo noteikumu prasibam.

= Aréja elektroinstalacija ir javeido atbilsto$i iekartas komplektacija ieklautajai
elektroinstalacijas shémai.

= NESASPIEDIET saiski esosos kabe|us un gadajiet, lai tie nesaskartos ar caurulém un
asam malam. Nodrosiniet, lai spailu savienojumiem netiktu pielietots aréjs
spiediens.

= Noteikti ierikojiet zeméjumu. NESAVIENOIJIET iekartas zemejumu ar komunala
tikla caurulém, izladni vai talruna Ilinijas zeméjumu. Nepilnigs zeméjums var
izraisit elektriskas stravas triecienu.

* Noteikti izmantojiet atsevisku energoapgades avotu. NEKAD neizmantojiet
energoapgades avotu, kas tiek koplietots ar citu ierici.

= Noteikti uzstadiet nepiecieSamos drosinatajus vai jaudas slédzus.

* Noteikti ierikojiet noplldstravas aizsardzibu. Ja to neizdara, tad iespéjams
elektriskas stravas trieciens vai aizdegsanas.

= Kad uzstadat nopltdstravas aizsardzibu, parbaudiet, vai ta ir saderiga ar invertoru
(izturiga pret augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairitos no nevajadzigas
nopladstravas aizsardzibas nostradasanas.

UZMANIBU!
Kad pieslédz elektrisko barosanu, pirms tam ir jaizveido zeméjums. Kad atvieno

elektrisko baroSanu, strava jaatvieno pirms zeméjuma atvienoSanas. Vadu garumam
starp barosSanas vada atslogotaju un spailu paneli jabGt tadam, lai stravas vadus
varétu pieslégt pirms zemé&juma gadijumam, ja stravas vads tiktu atrauts no
atslogotaja.

Uzstaditaja uzzinu gramata |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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1 | Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

PAZINOJUMS

Piesardzibas pasakumi stravas kabeu uzstadisanas laika:
N N
( J{J eon @

= Stravas spailu blokam NEPIEVIENOJIET dazada biezuma vadus (valigs stravas vads
var radit parlieku lielu karsanu).

® Pievienojot vienada diametra vadus, dariet to, ka paradits attéla ieprieks.

= Vadiem lietojiet paredzétajai stravai atbilstosus vadus un stingri pievienojiet, péc
tam nostipriniet tos, lai novérstu aréja spiediena izplesSanos arpus spailu plates.

= Lai pievilktu spailu skrdves, lietojiet atbilstosu skrdvgriezi. Skrdvgriezis ar mazu
galvu var sabojat skraves galvinu un nenodrosinas pareizu pievilksanu.

= Parvelkot spailu skraves, tas var salauzt.

BRIDINAJUMS

= Péc elektroinstalacijas darbu pabeigSanas parliecinieties, vai visas elektriskas
dalas un spailes elektrisko dalu karba ir drosi savienotas.

® Pirms iekartas iedarbinasanas parliecinieties, vai visi parsegi ir aizverti.

PAZINOJUMS
Attiecinams tikai tad, ja barosanas blokam ir tris fazes un kompresoram ir
ieslégsanas/izsleégsanas iespéja.

Ja péc islaiciga elektropadeves traucéjuma iespéjama pretfaze un produkta darbibas
laika stravas padeve tiek ieslégta un izslégta, pievienojiet lokalu pretfazes
aizsardzibas kédi. Produktu darbinot pretfaze, var sabojat kompresoru un citas dalas.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B |4 DAIKIN Uzstaditaja uzzinu gramata
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2 | Informacija par dokumentaciju

2 Informacija par dokumentaciju

2.1 Par so dokumentu

INFORMACIA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un aiciniet vinu saglabat to
turpmakai uzzinai.

i @

Meérkauditorija

Pilnvaroti uzstaditaji

INFORMACIA

[

l Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti lietotaji veikalos, vieglaja
ripnieciba un zemnieku saimniecibas, vai arl nelietpratigas personas uznémumos un
majsaimniecibas.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns komplekts sastav no
talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparéjie drosibas noteikumi:
- lzlasiet Sos droSibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadiSanas
- Formats: uz papira (iekséja bloka iepakojuma)
= lekseja bloka uzstadiSanas rokasgramata:
- Uzstadisanas instrukcija
- Formats: uz papira (iekséja bloka iepakojuma)
= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:
- UzstadiSanas sagatavosana, laba prakse, atsauces dati...

- Formats: elektroniskas datnes http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Komplekta ieklautas dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas var bUt
pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir originalo
dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apakskopa ir regionalaja Daikin timekla vietné (publiski
pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné Daikin Business Portal
(nepiecieSama autentifikacija).

2.2 Uzstaditaja atsauces rokasgramata isuma

Nodala Apraksts

Visparéjie drosibas noteikumi | lzlasiet Sos drosibas noteikumus PIRMS iekartas
uzstadisanas

Uzstaditaja uzzinu gramata
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2 | Informacija par dokumentaciju

Nodala

Apraksts

Par dokumentaciju

Kada dokumentacija ir pieejama uzstaditajam

lepakojuma saturs

Ka izpakot blokus un iznemt to piederumus

Par bloku = Sistémas shéma
= Darbibas diapazons
Sagatavosana Kas jadara un jazina pirms dosanas uz

uzstadiSanas vietu

Uzstadisana

Kas jadara un jazina pirms sistémas uzstadisanas

Konfigurésana

Kas jadara un jazina, lai konfigurétu sistemu péc
tas uzstadisanas

Nodosana ekspluatacija

Kas jadara un jazina, lai uzsaktu sistémas
ekspluataciju péc tas konfigurésanas

Nodosana lietotajam

Kas janodod un jaizskaidro lietotajam

Utilizacija

Ka utilizet sistému

Tehniskie dati

Sistémas specifikacijas

Glosarijs

Terminu definicijas

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN
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3 | Informacija par iepakojumu

3 Informacija par iepakojumu

3.1 Parskats. Informacija par iepakojumu

Saja nodala ir aprakstita riciba péc iepakota iek$éja bloka piegadasanas
uzstadisanas vieta.

Te ir informacija par talak uzskaitito:

= Bloka izpakoSana un rikosanas ar bloku
= Piederumu iznemsana no bloka
Neaizmirstiet talak minéto:

= Piegadajot iekartu, PARBAUDIET, vai ta nav bojata. Nekavéjoties PAZINOJIET
transporta uznémuma pretenziju agentam par visiem bojajumiem.

= lekartu tas originalaja iepakojuma nogadajiet péc iespéjas tuvak tas galigas
uzstadiSanas vietai, lai neraditu no transportésanas bojajumiem.

= Rikojoties ar iekartu, nemiet véra So informaciju:

|1| trausls izstradajums, rikojieties ar iekartu uzmanigi.

Turiet iekartu vertikala stavokli, lai izvairitos no bojajumiem.

= |leprieks sagatavojiet marsrutu, pa kuru nogadasiet bloku telpas.

3.2 lekstelpu iekarta

INFORMACIA

[ ]
l Sie attéli ir tikai piemérs un var pilntba neatbilst jusu sistémas izkartojumam.

3.2.1 lekséja bloka izpakosana

Uzstaditaja uzzinu gramata
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3 | Informacija par iepakojumu

3.2.2 Piederumu iznemsana no iekséja bloka

1 Iznemiet piederumus iepakojuma apaksa.

a b ¢ d e
1% 1% 1% 2% 2%

(@

Uzstadisanas rokasgramata

Ekspluatacijas rokasgramata

Visparéjie drosibas noteikumi

Smakas likvidésanas titana apatitu un sudraba dalinu filtrs (paredzéts tikai FTXP)

lekséja bloka stiprindjuma skrive (M4x12L). Sk. "6.6.3 Bloka piestiprindsana uz montazas plates" [» 38].
Sausa (sarma) baterija AAA.LRO3 lietotaja saskarnes iericei

Lietotaja saskarnes ierices turétajs

Lietotaja saskarnes ierice

Montazas plate

- J0h -n® Q0 T O

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B 4 DAIKIN Uzstaditaja uzzinu gramata
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4 | Par bloku

4 Par bloku

f’f BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

4.1 Sistémas shéma

PAZINOJUMS
Sistému nedrikst uzstadit, kad temperatlra ir zemaka par —15°C.

lekséjais bloks
Apkopes vaks
Gaisa filtrs
Smakas likvidésanas titana apatitu un sudraba dalinu filtrs (paredzéts tikai FTXP)
Aukstumagenta caurules, drenazas s|Gtene un starpsavienojuma kabelis
Izolacijas lente

-0 Q0 T O

4.2 Darbibas diapazons

Sistému drikst izmantot $ados gaisa temperatlras un mitruma apstak]os.

Darbibas rezims

Darbibas diapazons

Dzesé$ana®®

Ara temperatira: —10~46°C ar sauso termometru
Telpu temperattra: 18~32°C ar sauso termometru

Telpu gaisa mitrums: <80%

Ara temperatlra: —15~24°C ar sauso termometru

Telpu temperatra: 10~30°C ar sauso termometru

Ara temperatlra: —10~46°C ar sauso termometru

Telpu temperattra: 18~32°C ar sauso termometru

Telpu gaisa mitrums: <80%

) Ja sistému darbina arpus darbibas diapazona, tad drogibas ierice var partraukt

sistémas darbibu.

) Ja sistému darbina arpus darbibas diapazona, tad ir iespéjama mitruma
kondensacija un tGdens pilésana.

Uzstaditaja uzzinu gramata v DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
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5 | Sagatavosanas

5 Sagatavosanas

5.1 Parskats: sagatavosana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadiganas vietu.
Te ir informacija par talak uzskaitito:

= Uzstadisanas vietas sagatavosana

= Aukstumagenta caurulvadu sagatavosana

= Elektroinstalacijas sagatavosana

5.2 UzstadiSanas vietas sagatavosana

NEUZSTADIET ierici vietas, kas bieZi tiek izmantota ka darba vieta. Blavdarbu
(pieméram, slipéSanas darbu) gadijuma, kad tiek radits liels daudzums putek|u,
ierice ir JAAPSEDZ.

Izvelieties tadu uzstadiSanas vietu, kura var ienest un iznest ierici.

BRIDINAJUMS
lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu aizdegsanas avotu (pieméram:

atklata liesma, stradajosa gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

5.2.1 lekstelpas ievietojamas iekartas uzstadisanas vietas prasibas

° INFORMACIJA

l Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala “Visparigi piesardzibas
pasakumi”.

° INFORMACIJA

l Skanas spiediena [imenis ir mazaks par 70 dBA.

= Gaisa plisma. Parliecinieties, ka nekas neaizsprosto gaisa plismu.
= Drenaza. Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata aizplGsana.

= Sienas siltumizolacija. Ja temperatlra siena parsniedz 30°C un relativais mitrums
80% vai tad, ja svaigais gaiss pllUst siena, ir nepiecieSama papildu siltumizolacija
(vismaz 10 mm biezas polietiléna putas).

= Sienas izturiba. Parbaudiet, vai siena (vai grida) ir pietiekami stingra, lai izturétu
bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad pirms bloka uzstadisanas nostipriniet
sienu vai gridu.

Uzstadiet stravas kabelus vismaz 1 metra attaluma no TV vai radio uztvéréja, lai
novérstu traucéjumus. Atkariba no radiovilniem 3 metru attalums VAR NEBUT
pietiekams.

= Izvélieties tadu vietu, kur karsta/auksta gaisa izplGSana no bloka vai ta darbibas
troksnis NEVIENAM NETRAUCE.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B 4 DAIKIN Uzstaditaja uzzinu gramata
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5 | Sagatavosanas

= Luminiscences apgaismojums. Ja lietotaja bezvadu saskarni uzstada telpa, kura
atrodas luminiscences gaismas kermeni, tad ir jaievéro talak minétie nosacijumi,
jo tie |aus izvairities no traucéjumiem.

- Uzstadiet lietotaja bezvadu saskarni péc iespéjas tuvak iekséjam blokam.

- Uzstadiet iekSejo bloku péc iespéjas talak no luminiscences gaismas
kermeniem.

NAV ieteicams uzstadit ierici $adas vietas, jo tas var salsinat iekartas kalposanas
laiku:

= vietas, kur ir ievérojamas sprieguma svarstibas,
= transportlidzek|os un kugos,
= vietas, kur ir skabju vai sarmu tvaiki.

= Vietds, kura atmosféra ir mineralellas miglina, izsmidzinajums vai tvaiki.
Plastmasas detalas nolietojas un nokrit vai rada Gdens nopladi.

= Vietas, kur bloku apspid tiesa saules gaisma.

Vannas istabas.

Skanas jutigas vieta (pieméram, gulamistabu tuvuma), lai darbibas troksnis
neraditu apgratinajumu.

BRIDINAJUMS
NEDRIKST novietot zem iek3&ja un/vai aréja bloka nekadus priekdmetus, kuri var

samirkt. Pretéja gadijuma mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
caurulvadiem, gaisa filtra aizsérésana vai drenazas nosprostosanas var izraisit idens
pilésanu, kas, savukart, var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.

Atstarpes. Uzstadiet bloku vismaz 1,8 m augstuma virs gridas un ievérojiet sadas
prasibas attieciba uz atstarpém pie sienas un pie griestiem:

o
5¢
Al

R\
y.

=50 250

(mm)
5.3 Dzesétaja caurulu sagatavosana
5.3.1 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem
° INFORMACLJA
l Izlasiet arl piesardzibas pasdakumus un prasibas nodala “Visparigi piesardzibas
pasakumi”.

PAZINOJUMS
NepiecieSams, lai caurulvadi un citas dalas zem spiediena bUtu saderigas ar

aukstumagentu. Aukstumagenta parvietosanai izmantojiet ar fosforskabi deoksidétas
vienlaidu vara caurules.

= Nepiederosu vielu daudzums caurulés (ieskaitot e]lu) <30 mg/10 m.

Uzstaditaja uzzinu gramata |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 | Sagatavosanas

Aukstumagenta caurulvada diametrs

Izmantojiet tadu pasu diametru ka aréja bloka savienojumiem:

Klase L1 skidruma caurulvads |L1 gazes caurulvads
20~35 @6,4 ?9,5
50~71 ?6,4 ®12,7

Aukstumagenta caurulvadu materials

= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezSuvju vars.
= Platgala savienojumi: izmantojiet tikai rGditu materialu.

= Caurulvada atlaidinasanas pakape un biezums:

Aréjais diametrs (@) |  Atlaidinasanas Biezums (t)®
pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O) >0,8 mm 2

\6 )t
9,5 mm (3/8") 4

12,7 mm (1/2")

@ AtkarTba no attiecigajiem tiestbu aktiem un iekartas maksimala darba spiediena (sk.

"PS High" uz iekartas datu plaksnites) var bit nepieciesams lielaks caurulvada
sieninu biezums.

5.3.2 Dzesétaja caurules izolacija

= |zmantojiet polietiléna putas ka izolacijas materialu:
- ar

siltuma caurlaidibu no 0,041 lidz 0,052 W/mK (no 0,035 lidz 0,045 kcal/mh
C)

- arvismaz 120°C karstumizturibu

= |zolacijas biezums

Caurules aréjais diametrs Izolacijas iekséjais I1zolacijas biezums (t)
(@,) diametrs (@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
i (28

Ja temperatlra ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80% relativa mitruma,

izolacijas materialu biezumam ir jabdt vismaz 20 mm, lai novérstu kondensatu uz
izolacijas virsmas.

5.4 Elektroinstalacijas sagatavosana

5.4.1 Elektroinstalacijas sagatavosana

INFORMACUA

i

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala “Visparigi piesardzibas
pasakumi”.
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BRIDINAJUMS
= Jastravas padevei nav N fazes vai ta ir nepareiza, aprikojums sabojasies.

* Nodrosiniet pareizu zeméjumu. NESAVIENOJIET iekartas zemé&jumu ar
komunalajam caurulém, izladni vai talruna linijas zeméjumu. Nepilnigs zeméjums
var izraisit elektrosoku.

= Uzstadiet nepiecieSamos drosinatajus vai jaudas slédzus.

= Elektroinstalaciju nostipriniet ar kabelu savilcéjiem, lai kabeli NENONAKTU
saskaré ar asam malam vai caurulém, it ipasi augstspiediena puse.

= NELIETOJIET izolétus vadus, dzislotos vadus, pagarinatajus un savienojumus ar
zvaigznveida sistemu. Tas var izraisit parkarsanu, elektrosoku vai aizdegsanos.

= NEUZSTADIET fazu kustibas kondensatoru, jo 3T iekarta ir aprikota ar parveidotaju.
Fazu kustibas kondensators var samazinat veiktspéju un radit negadijumus.

BRIDINAJUMS
= Aréjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un tiem ir JAATBILST spéka

esosajiem tiesibu aktiem.
= |zveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam elektroinstalacijam.

= Visiem uz vietas saliktajiem komponentiem un elektriskajam konstrukcijam ir
JAATBILST spéka eso$ajiem tiesibu aktiem.

BRIDINAJUMS
Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet daudzdzislu kabe|us.
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6 Uzstadisana

6.1 Parskats. Uzstadisana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadianas vietu, lai pareizi
uzstaditu sistemu.

Parasta darbplisma

Uzstadisanai parasti ir Sadi posmi:

Aréja bloka uzstadisana.

lekseja bloka uzstadisana.
Aukstumagenta caurulvada pievienosana.
Aukstumagenta caurulvada parbaude.
Aukstumagenta uzpildisana.
Elektroinstalacijas pievienosana.

Aréjas uzstadisanas pabeig$ana.

leksejas uzstadisanas pabeigsana.

00 N OO Ul AW N

INFORMACIA

o

l Par aréja bloka uzstadisanu (aréja bloka uzstadisana, aukstumagenta caurulvada
pievienosana pie aréja bloka, elektrisko vadu pievienoSana pie aréja bloka utt.)
sk. aréja bloka uzstadisanas rokasgramata.

6.2 leksSéja bloka atvérsana

6.2.1 Priekséja panela nonemsana

1 Abas puseés satveriet priek$éja panela izvirzijumus un atveriet to.

a Panelacilnes

2 Nonemiet priek$€jo paneli, pabidot to pa labi vai pa kreisi un tad pavelkot uz
savu pusi.

Rezultats: Priek$éja panela tapa viena mala tiks atvienota.

3 Tada pasa veida atvienojiet priek$eja panela tapu otra mala.

a
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6.2.2 Priekséja panela uzstadisana

1 Piestipriniet priekséjo paneli. Savietojiet tapas ar ligzdam un iebidiet tas lidz
galam.

2 Léniaizveriet prieksejo paneli; piespiediet abas pusés un centra.

6.2.3 Priekséja rezga nonemsana

UZMANIBU!
Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet atbilstoSu personas

aizsargaprikojumu (aizsargcimdus, aizsargbrilles utt.).

1 Nonemiet prieksejo paneli, lai iznemtu gaisa filtru.
2 Izskrdveéjiet 2 skrives (20~35 klase) vai 3 skrdves (50~71 klase) no priek$gja
rezga.

3 Piespiediet uz leju 3 augséjos akus, kas apziméti ar 3 apJu simbolu.

|-

it

a  Augséjais akis
b 3 aplusimbols

4 leteicam atvert aizbidni pirms priekséja rezga nonemsanas.

5 Pielieciet abas rokas zem priek$éja rezga centra, pabidiet rezgi uz augsu un tad
Uz savu pusi.

6.2.4 Priekséja rezga uzstadiSana
1 Uzstadiet priek$éjo rezgi un stingri pieakéjiet 3 augséjos akus.
2 leskraveéjiet 2 skrives (20~35 klase) vai 3 skrives (50~71 klase) priek$éja rezg.

3 lelieciet gaisa filtru un péc tam uzstadiet priekséjo paneli.

6.2.5 Elektribas sadales karbas nonemsana
1 Nonemiet prieksejo rezgi.
Izskravéjiet 1 skrdvi no elektribas sadales karbas.

Pavelkot elektribas sadales karbas vaka izvirzito augséjo dalu, atveriet karbas
vaku.

4 Atakejiet cilni vaka apaksa un nonemiet elektribas sadales karbas vaku.

Uzstaditaja uzzinu gramata |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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a Cilnis
b Izvirzita dala vaka augSpusé
¢ Skrave

5 Lai uzstaditu vaku, vispirms ieakéjiet apakséjo cilni elektribas sadales karba,

bet péc tam iebidiet vaku 2 augséjos cilnos.

6.2.6 Apkopes vaka atversana

1 Izskraveéjiet 1 skravi no apkopes vaka.

2 lzvelciet apkopes vaku horizontali no bloka.
a b

—F

a Apkopes vaka skrive
b Apkopes vaks

6.3 lekséja bloka uzstadisana

6.3.1 Drosibas noradijumi par ieksSéja bloka uzstadisanu

INFORMACIA

Izlasiet arT bridinajumus un prasibas $adas nodalas:

i

= Vispareéjie drosibas noteikumi

= Sagatavosana

6.3.2 Montazas plates uzstadisana

1 Veiciet montazas plates pagaidu uzstadisanu.

2 Nolimenojiet montazas plati.

Izmantojot mérlenti, atziméjiet uz sienas urbumu centrus. Pielieciet mérlentes

galu pie simbola ">".

4 Pabeidziet uzstadiSanu, piestiprinot montazas plati pie sienas ar skrGvém

M4x25L (aréjie piederumi).

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B 4 DAIKIN
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INFORMACIA

Nonemto caurules atveres vaku var atstat montazas plates "kabata".

i @

A
a b c a c a
N = o =
117 > Y T 116.5
@ d d
N
Te) ‘, B Te)
< <
3 \/ N\ [ )13
Ig - ™
e —\y a K/_ e
48 | 48
| |
(mm)
B
990 (mm)
A Montazas plaksne 20. ~ 35. klasei
B Montazas plaksne 50. ~ 71. klasei
a Montazas plates ieteicamas piestiprinasanas vietas
b "Kabata" caurules atveres vakam
¢ Cilni spirta limenraza pieliksanai
d Caurejoss urbums siend, @65 mm
e Drenazas $lutenes vieta
f Mérlentes vieta pie simbola ">"
g Gazes caurulvada gals
h  Skidruma caurulvada gals
6.3.3 Laiizveidotu urbumu siena
UZMANIBU!
Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet siena iegremdétu cauruli un
sienas parsegu caurejosa urbuma, lai novérstu iespéjamo sakarSanu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.
PAZINOJUMS
Noteikti noblivéjiet spraugas starp caurulém ar blivésanas materialu (aréjais
piederums), lai novérstu tdens nopladi.
1 Izurbiet 65 mm lielu caurejoSu urbumu siena ar slipumu uz leju un uz arpusi.
2 levietojiet $aja urbuma siena iegremdéjamo cauruli.
Uzstaditaja uzzinu gramata P DAIKIN FTXPSO~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
2 Daikin telpu gaisa kondicionétajs
6 4P513661-8H — 2019.12



6 | Uzstadisana

3 levietojiet sienas vaku sienas caurulé.
ab

7o Sl

b a (mm)
a Sienaiegremdéta caurule
b Tepe

¢ Sienas urbuma vaks
4 Péc vadu, aukstumagenta un drenazas caurulu ievilksanas NEAIZMIRSTIET
noblivét spraugu ar tepi.

6.3.4 Caurulu atveres vaka iznemsana

Lai caurulvadu savienotu labaja pusé, pa labi apaksa, kreisaja pusé vai pa kreisi
apak3a, JAIZNEM caurules atveres vaks.

1 Nogrieziet caurules atveres vaku no priekséja rezga iekSpuses ar dzelzs zagiti.

PAZINOJUMS
NEDRIKST izmantot asknaibles, lai nonemtu caurules atveres vaku, jo ta sabojasiet

priekséjo rezgi.

6.3.5 DrenaZas nodrosinasana
Parliecinieties, ka ir nodroSinata pareiza kondensata aizplUsana. Tas ietver
sekojoso:
= Visparigi noradijumi
= |ek$éja bloka drenazas caurulvada savienosana
= Udens nopludes parbaude

Visparigi noradijumi

= Caurulvada garums. DrenaZas caurulvadam jabut péc iespéjas isakam.
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= Caurules izméri. Ja nepiecieSams pagarinat drenaZzas $§|Uteni vai iebUvéeto

drenazas caurulvadu, tad izmantojiet piemérotas rezerves dalas, kas atbilst
Slatenes prieksgalam.

18

PAZINOJUMS
= Uzstadiet drenazas s]ateni ar slipumu uz leju.
= Atveres NAV pielaujamas.

= NEDRIKST ievietot §|Gtenes galu Gdent.

= Drenazas Slitenes pagarinajums. Lai pagarinatu drenazas s)Uteni, izmantojiet
@16 mm $|ateni (aréjais piederums). NEAIZMIRSTIET uzmaukt siltumizolacijas
cauruli uz pagarinajuma $|Utenes dalas telpas.

© a ©
- -
@i ‘ )
a Lidz ar iek$éjo bloku piegadata drenazas s|Gtene

b Siltumizolacijas caurule (aréjais piederums)
¢ Drenazas $|Gtenes pagarinajums

a

= Stingra polivinilhlorida caurule. Kad savienojat stingro polivinilhlorida cauruli
(nominalais @13 mm) ar drendzas $|Gteni, izmantojiet aréjo piederumu —
drenazas platgali (nominalais @13 mm).
a SEJ b c
S
g = N s RS

a Lidz ariekséjo bloku piegadata drenazas s|Gtene
b  DrenaZas platgalis ar nominalo @13 mm (aréjais piederums)
¢ Stingra polivinilhlorida caurule (aréjais piederums)

= Kondensacija. Veiciet pasakumus, lai novérstu kondensaciju. Izolgjiet telpas visu
drenazas caurulvadu.

1 levietojiet drenazas SlUteni drenazas caurulé, ka paradits Saja attéla, lai ta
NEBUTU ara no drenazas caurules.

| O

=50

L mm
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Caurulvada savienosana labaja pusé, pa labi aizmuguré vai pa labi apaksa

INFORMACIA

RUpnicas standarts ir caurulvads labaja puseé. Lai caurulvadu savienotu kreisaja pusé,
nonemiet caurujvadu no labas puses un uzstadiet to kreisaja puse.

i

1 Ar vinila Iimlenti piestipriniet drenazas s)lteni pie aukstumagenta cauruju
apaksas.

2 Arizolacijas lenti satiniet kopa drenazas $lateni un aukstumagenta caurules.

Labas puses caurulvads

Caurulvads pa labi apaksa

Caurulvads pa labi aizmuguré

Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurujvadam labaja pusé
Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurulvadam pa labi apaksa

To 0Ow>

Cauru)vada savienosana kreisaja pusé, pa kreisi aizmuguré vai pa kreisi apaksa

INFORMACIA

RUpnicas standarts ir caurulvads labaja puseé. Lai caurulvadu savienotu kreisaja puse,
nonemiet caurulvadu no labas puses un uzstadiet to kreisaja puse.

i

1 lzskrGvéjiet izolacijas stiprinajuma skravi labaja pusé un iznemiet drenaZas
slateni.

2 Iznemiet drenaZas tapu kreisaja pusé un ielieciet to labaja puse.

PAZINOJUMS

NEDRIKST uzklat ellu (aukstumagenta ellu) uz drenazas aizbazna, kad to ievieto
atveré. Drenazas aizbaznis var sabojaties, un tad var rasties nopltde gar aizbazni.

Ll 4

Fo—--2
[ﬂ _____ ]
a

a 4 mm sesstlra atsléga

3 levietojiet drenazas S|Uteni kreisaja pusé un neaizmirstiet nostiprinat to ar
stiprinajuma skravi; pretéja gadijuma ir iespéjama ddens noplide.
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a lzolacijas stiprinajuma skrive
b Drenazas s|Utene

4 Piestipriniet drenaZas §Jateni pie aukstumagenta caurulém apaksa ar vinila
[Tmlenti.

Kreisas puses caurulvads

Caurulvads pa kreisi aizmuguré

Caurulvads pa kreisi apaksa

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam kreisaja pusé

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam aizmuguré apaksa pa kreisi

To 0>

Udens noplides parbaude
1 Iznemiet gaisa filtrus.

2 Pakapeniski ielejiet apméram 1 | Gdens drenazas tvertné un parbaudiet, vai
nav noplides.

6.4 DzeséSanas skidruma caurulu pievienosana

6.4.1 Dzesétaja caurulu pievienoSanu

Pirms dzesétaja caurulu pievienoSanas veicamie darbi

Parliecinieties, ka iekstelpu un ara iekarta ir nostiprinata.

Parasta darbpliisma
Dzesétaja cauruju pievienosana ietver:
= Dzesétaja caurulu pievienoSanu iekstelpu iekartai
= Dzesétaja caurulu pievienoSanu ara iekartai
= Dzesétaja caurulu izolaciju
= |levérojiet noradijumus par Sadam operacijam:
- Caurulu locisana
- Caurulu galu paplatinasana

- Noslégvarstu izmantosana
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6.4.2 Piesardzibas pasakumi dzesétaja caurulu pievienoSanas laika

. INFORMACIA

l Izlasiet arT bridinajumus un prasibas sadas nodalas:

= Visparéjie drosibas noteikumi

= SagatavoSana

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

® Lai novérstu gazes nopludi, uzklajiet aukstumagenta ellu tikai paplatinajuma
iekSpusé. Izmantojiet R32 aukstumagenta ellu.

= NEDRIKST otrreiz izmantot ieprieks lietotus savienotajus.

UZMANIBU!
= NELIETOJIET mineralellu platgala detalu ellosanai.

= Lai Sis R32 bloks kalpotu paredzéto laiku, NEDRIKST tam uzstadit sausinataju.
Sausinasanas materials var sadrupt un sabojat sistému.

PAZINOJUMS
Nemiet véra Sos noradijumus, kas saistiti ar dzesétaja caurulém:

UZMANIBU!
® |zmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.

= Dzesetaja cikla izmantojiet tikai tam paredzéto dzesésanas skidrumu (pieméram,
nelaujiet cikla iek|at gaisam).

= Dzesétaja pievienosanas laika izmantojiet tikai R32.

* |zmantojiet tikai tos piederumus (pieméram, kolektora manometra komplektu),
kas ir tiesi pieméroti R32 uzstadisanai, lai nerastos kltimes saistiba ar spiedienu un
nepielautu nevajadzigu materialu (pieméram, mineralellas un mitruma) iek|Gsanu
sistema.

= Uzstadiet caurules ta, lai konuss NETIKTU paklauts mehaniskajam spiedienam.

* Nemiet véra nakamaja tabula iek|auto informaciju, lai nepielautu netirumu vai
putek|u iek|Gsanu caurulés.

= Esiet uzmanigi, vadot vara caurules cauri sienam (skatiet zemak izvietoto attélu).

X & X

Meérvieniba UzstadiSanas periods Aizsardzibas metode
Ara iekarta >1 ménesis Savelciet cauruli
<1 ménesis Savelciet cauruli vai
lekstelpu iekarta Neatkarigi no perioda izmantojiet lenti
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INFORMACIA

NEATVERIET dzesétaja noslégsanas varstu, ja nav parbauditas dzesétaja caurules. Ja
nepiecieSams pievienot papildu dzesésanas skidrumu, péc uzpildes ieteicams atvért
dzesétaja noslégsanas varstu.

i @

6.4.3 Norades dzesétaja caurulu pievienosanai

Savienojot caurules, nemiet véra sadus noradijumus:

= Parklajiet paplatinajuma ieks$éjo virsmu ar étera ellu vai estera ellu, kad
piestiprinat platgala uzgriezni. Vispirms ar roku uzskrivéjiet 3 vai 4 apgriezienus,
bet péc tam stingri pievelciet.

— \
T
I
!

= VIENMER lietojiet kopa divas uzgrieznu atslégas, kad atskravéjat platgala
uzgriezni.

= Vienmeér kopa lietojiet uzgrieznu atslégu un dinamometrisko atslégu, lai pievilktu
platgala uzgriezni, kad savienojat caurulvadu. Tas nepiecieSsams, lai nepielautu
uzgriezna sabojasanu un nopltdes.

a Dinamometriska atsléga
b Uzgrieznu atsléga
¢ Caurulu savienojums
d Platgala uzgrieznis
Caurulvada izmérs Pievilksanas Platgala izméri (A) | Platgala forma
(mm) griezes moments (mm) (mm)
(Nem)
?6,4 15~17 8,779,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6

6.4.4 Norades caurulu liekSanai

SaliekSanai izmantojiet caurulu saliecéju. Caurules jaliec, ievérojot péc iespéjas
lielaku piesardzibu (lieksanas radiusam jabGt 30~40 mm lielam vai lielakam).

6.4.5 Caurules gala paplasinasana

UZMANIBU!
= Nepietiekams paplatinajums var izraisit dzesétaja gazes nopludi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai novérstu iespéjamu dzesétaja gazes
nopladi, izmantojiet jaunus konusus.

* |zmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa uzgrieznus. lzmantojot citus
konusa uzgrieznus, iespéjama dzesétaja gazes noplude.

1 Nogrieziet caurules galu ar caurulu skerem.
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2 Pavérsiet griezuma virsmu uz leju un nonemiet tai grates, lai skaidas
NENONAK caurulé.

a— | b

a Grieziet precizi taisna lenkl.
b  Nonemiet grates.

3 Nonemiet platgala uzgriezni no noslégvarsta un uzskravéjiet platgala uzgriezni
caurulei.

4 Uzlieciet caurulei platgala savienojumu. lestatiet tiesi tada stavokli, ka paradits

Saja attéla.
YA
|

Platgala riks R32 Parastais platgala riks
sistémai (sajuga tipa) Sajiga tipa Sparnuzgriezna tipa
(Ridgid tipa) (Imperial tipa)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Parbaudiet, vai platgals ir pareizi izveidots.
a = b

a Platgala iek3éjai virsmai JABUT nevainojamai.
b Caurules galam JABUT vienmérigi paplatinatam ideala apli.
¢ Parliecinieties, ka platgala uzgrieznis ir uzskravéts.

6.4.6 Dzeséjosas vielas caurulu pievienoSana iekStelpu iekartai

= Caurulvada garums. Aukstumagenta caurulvadam jabdt péc iespéjas isakam.

= Platgala savienojumi. Aukstumagenta caurulvadu savienojiet ar bloku,
izmantojot platgala savienojumus.

= lzolacija. Izoléjiet aukstumagenta caurulvadu, savienotajkabeli un drenazas
Sluteni pie iekséja bloka sadi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares lente

Drenazas s|Utene

PAZINOJUMS
Noteikti izol€jiet visu aukstumagenta caurujvadu. Caurulvada posms bez izolacijas var

izraisit kondensata veidosanos.

M| -~ Q0 T O
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6.5 Elektroinstalacijas pievienosana

6.5.1 Par elektroinstalacijas vadu pievieno$anu

Parasta darbplisma

Elektriska vadojuma pievienosana parasti ir Sadi posmi:

1 Parliecinieties, ka elektriska tikla raditaji atbilst iekartas elektrotehniskajam
prasibam.

Elektrisko vadu savieno$ana ar aréjo bloku.
Elektrisko vadu savienoSana ar iekséjo bloku.
Pievienojiet pie elektriska tikla.

6.5.2 Piesardzibas pasakumi elektroinstalacijas vadu uzstadisanas laika

i

INFORMACUA
Izlasiet arT bridinajumus un prasibas $adas nodalas:
= Visparéjie drosibas noteikumi

= Sagatavosana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet daudzdzislu kabelus.

BRIDINAJUMS
lzmantojiet visu polu atvienosSanas tipa partraucéju ar vismaz 3 mm attalumu starp
kontaktpunktu spraugam, kas nodrosina pilnigu atvienoSanu Ill kategorijas

parsprieguma gadijuma.

BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no briesmam, tas ir JANOMAINA
razotajam, ta agentam vai lidzigai kvalificétai personai.

BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET sadu barosanas vadu iekséjam blokam. Tada riciba var izraisit
elektriskas stravas triecienu vai aizdegsanos.

BRIDINAJUMS
= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas stkna barosanas vadu un tml. pie spailu bloka. Tada
riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai aizdegsanos.

> B BB BPBEP

BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara caurulém, kuram nav
siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir |oti karstas.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6.5.3 Norades par elektroinstalacijas vadu pievienosanu

Nemiet véra talak noradito:

= Ja tiek izmantoti dzisloti vadi, uzstadiet vada gala aplveida cilpas formas spaili.

Novietojiet aplveida cilpas formas spaili uz vada lidz parklatajai dalai un pievelciet
spaili, izmantojot atbilstosu riku.

S

b a

a Dzislotais vads
b Aplveida cilpas formas spaile

= |zmantojiet talak noraditas metodes, lai uzstaditu vadus:

Vada veids Uzstadisanas panémiens
Viendzislas vads cb
i AR
tA @ |_At c:@]
g—a a

a Savits viendzislas vads
b Skrave

¢ Plakana paplaksne

Dzislotais vads ar
aplveida cilpas formas
spaili

a Spaile
b Skrave

¢ Plakana paplaksne
O Atlauts
X NAV atlauts

PievilkSanas griezes momenti

Detala PievilkSanas griezes moments (Nem)

M4 (X1M) 1,2

M4 (zeme)

= Zeméjuma vadam starp vada atslogotaju un spaili jabat garakam par citiem

vadiem.
1-3
D
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6.5.4 Standarta elektroinstalacijas komponentu specifikacija

Komponents
Savienotajkabelis (iekséjais<—>aréjais bloks) 4 dzislu kabelis,
1,5 mm?2~2,5 mm?, un piemérots
220~240V spriegumam

HOS5RN-F (60245 IEC 57)

6.5.5 Elektrisko vadu savienosana ar iek$éjo bloku

Elektroinstalacija jaieriko saskana ar uzstadisanas rokasgramatu un valsts
elektrotehnikas noteikumiem vai paredzétajam metodéem.

1 Pakariniet ieksejo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties péc "A" atzimem.

Montazas plate (piederums)
Savienotajkabelis
¢ Vaduvadotne

T o

2 Atveriet priek$éjo paneli un péc tam apkopes vaku. Sk. "6.2 lekseja bloka
atversana" [» 23].

3 levelciet starpsavienojuma kabeli no aréja bloka pa caurejoSo sienas urbumu,
caur iekséja bloka aizmuguri un priekSpusi.

Piezime: Ja starpsavienojuma kabela galiem jau ieprieks ir nonemta izolacija, tad
aptiniet galus ar izolacijas lenti.

4 Uzlokiet uz augsu kabela galu.

@ PAZINOJUMS
* Gadajiet, lai barosanas linija un parraides linija bdtu savstarpéji atdalitas.

Parraides vadi un barosanas vadi var krustoties, bet NEDRIKST bdt savstarpéji
paraléli.

* lai nepielautu elektriskos traucéjumus, starp abiem vadiem vienmér jabat
VISMAZ 50 mm atstarpei.

BRIDINAJUMS
Veiciet atbilstosus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu ka patvérumu izmanto

nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki, saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit
nepareizu darbibu, dimosanu vai aizdegsanos.

el

1 2®@3 0|
I

-

G

a Spailu bloks
b Elektriska sadales karba
¢ Kabelu skava

5 Nonemiet vadu galos izolaciju apméram 15 mm garuma.
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6 Saskanojiet vadu krasas ar spailu numuriem uz iekséja bloka spailém un stingri
pieskrivéjiet vadus pie attiecigajam spailem.

Pievienojiet zeméjuma vadu pie attiecigas spailes.
Stingri piestipriniet vadus ar spaiju skravem.

Paraustiet vadus, lai parliecinatos, ka tie ir drosi piestiprinati, péc tam
nostipriniet vadus ar vadu turétaju.

10 Izvietojiet vadus ta, lai varétu drosi uzlikt apkopes vaku, péc tam aizveriet
apkopes vaku.

6.5.6 Papildu piederumu savienosana (lietotaju saskarnes ierice ar vadu, centrala lietotaju
saskares ierice, bezvadu adapteris u.c.)

1 Nonemiet elektribas sadales karbas vaku (sk. "6.2.5 Elektribas sadales karbas
nonemsana" [» 24]).

2 Pievienojiet starpsavienojumu kabeli pie savienotaja S21 un ievelciet
vadojumu, ka paradits Saja attéla.

a S21vadojuma izvietojums bezvadu adapterim
b S21 vadojuma izvietojums citiem pielietojumiem
¢ S21savienotajs

3 Uzlieciet atpaka) elektribas sadales karbas vaku un ievelciet tam apkart
vadojumu, ka paradits ieprieks attéla.

6.6 lekstelpu iekartas uzstadisanas pabeigSana

6.6.1 Drenazas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un savienotajkabela izolésana

1 Péc drenazas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un elektrisko vadu
ievilkSanas. Ar izolacijas lenti satiniet kopa aukstumagenta caurules,
savienotajkabeli un drenazas S§Jateni. Visu laiku tiniet vismaz ar lentes
pusplatuma parlaidumu.
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AN

Aoy

QS > O

Drenazas s|utene

Savienotajkabelis

Montazas plate (piederums)

Aukstumagenta caurulvads

lekséja bloka stiprinajuma skrive M4x12L (piederums)
Apakséjais ramis

B
o)

-0 2 n T O

6.6.2 Caurulvadu ievilksana sienas urbuma

1 Novietojiet aukstumagenta caurules pie atzimém uz montazas plates.

Drenazas s|utene

Blivéjiet So atveri ar tepi vai blivésanas materialu
Vinila imlente

Izolacijas lente

Montazas plate (piederums)

PAZINOJUMS
= NEDRIKST saliekt aukstumagenta caurules.

= NEDRIKST piebidit aukstumagenta caurules pie lejas karkasa vai pie priek3éja
rezga.

mon T O

2 levelciet sienas urbuma drenazas s|tteni un aukstumagenta caurules.

6.6.3 Bloka piestiprinasana uz montazas plates

1 Pakariniet ieksejo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties péc "A" atzimem.

2 Ar abam rokam piespiediet bloka apaks$gjo rami, lai to uzakétu uz montazas
plates apak$éjiem akiem. Parliecinieties, ka nekur NETIEK saspiesti vadi.
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Piezime: Uzmanieties, lai starpsavienojuma kabelis NEIEKERAS iekseja bloka.

3 Ar abam rokam piespiediet iek$éja bloka apakséjo malu, idz ta stingri turas uz
montazas plates akiem.

4 Piestipriniet iek$éjo bloku pie montazas plates ar 2 iekséja bloka stiprinajumu
skrivém M4x12L (piederumi).
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7 Konfiguracija

7.1 Atskirigas adreses iestatisana

Ja 2 iek$éjos blokus uzstada 1 telpa, tad 2 lietotaju saskarnes iericem var iestatit
atskirigas adreses.

1 Iznemiet lietotaja saskarnes ierices baterijas.

2 Parkniebiet adreses parvienojumu.

0

PP [

JJ‘ [+ [

a Adreses parvienojums

PAZINOJUMS
Rikojieties piesardzigi, lai NESABOJATU apkartéjas detalas, kad parkniebjat adreses

parvienojumu.

3 lesledziet barosanu.

Rezultats: lekséja bloka aizvars atvéersies un aizvérsies, lai noraditu atsauces
stavokli.

INFORMACIA

i

= FTXF un ATXF blokiem 3ie iestatijumi ir JAVEIC 5 minTSu laika péc stravas padeves
ieslégsanas.

= Ja jums NEIZDODAS laikus veikt Sos iestatijumus, tad izslédziet stravas padevi,
pagaidiet vismaz 1 minati un atkal ieslédziet stravas padevi.

4 Nospiediet vienlaikus:

Modelis Pogas

FTXP (rewe), (%) un COFE)
FTXF (Mooe) (el un )

5 Nospiediet:

Modelis Poga

FTXP =N
FTXF

6 Atlasiet:

Modelis Simbols

FTXP A

FTXF T

7 Nospiediet:
Uzstaditaja uzzinu gramata |4 DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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Modelis Poga
FTXP
FTXF
e ™
I—¢\ —a
X))
ON/OFF/]_,——b

a darbibas indikators

b lekséja bloka ON/OFF slédzis

V==

8 Nospiediet iekséja bloka ON/OFF slédzi, kad mirgo darbibas indikators

Parvienojums Adrese
Fabrikas iestatijums 1

Péc parkniebsanas ar 2
asknaiblém

INFORMACIA

i

Ja iestatijumu NEIZDODAS veikt, kamér mirgo darbibas indikators, tad atkartojiet
iestatisanas proceddru no sakuma.

9 Kad iestatisana pabeigta, nospiediet:
Modelis

FTXP

Poga

Turiet (&FAN) hospiestu apméram 5 sekundes.

FTXF

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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8 Nodosana ekspluatacija

8.1 Parskats. NodoSana ekspluatacija

Saja nodala aprakstita sistémas konfiguré$ana péc uzstadisanas.

Parasta darbpliisma

Ekspluatacijas uzsakSana parasti ir $adi posmi:
1 Parbauda "Kontrolsarakstu pirms ievades ekspluatacija".
2 Veic sistémas darbibas izméginajumu.

8.2 Kontrolsaraksts pirms nodoSanas ekspluatacija

Pec iekartas uzstadisanas vispirms parbaudiet talak uzskaititos punktus. Kad visas
parbaudes ir veiktas, iekarta ir jaaizver. leslédziet iekartu péc tas aizvérsanas.

L

Esat izlasijis visus uzstadisanas noradijumus, ka aprakstits uzstaditaja atsauces
rokasgramata.

Vai iek$ejie bloki ir pareizi uzstaditi.

Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

L
L
L

Gaisa ieplide/izplide

Parliecinieties, ka iekartas gaisa ieplides un izplides atveres NAV aizsprostotas ar papira
lapam, kartonu vai citu materialu.

0l

Vai netrikst kadas fazes, vai nav kadasapgrieztas fazes.

[l

Dzeséjosas vielas caurules (gazes un skidruma) ir termiski izolétas.

0l

Drenaia
Gadajiet, lai drenaza labi plastu.

lespéjamas sekas: Kondenséjies Gdens var pilét.

Sistéma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir pievilktas.

Drosinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek uzstaditas atbilstosi Sai instrukcijai, un
tas NEDRIKST apiet .

Stravas padeves spriegums atbilst iekartas identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

Noraditie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

lekséjais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes ierices.

Slédzu karba NAV valigu savienojumu vai bojatu elektrokomponentu.

Vai ir pareiza kompresora izolacijas pretestiba.

iekStelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas iekSpusé NAV bojatu komponentu
vai saspiestu caurulu.

NAV dzes€josas vielas nopliizu.

Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir pareizi izolétas.

oo oy gjojgggjgo) gpg

Arpus telpam uzstaddamas iekartas sprostvarsti (gazes un 3kidruma) ir pilniba atvérti.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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8.3 Darbibas izméginajums

Priekdnoteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam vertibam.

Priek$noteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas vai sildiSanas
rezima.

PriekSnoteikums: Darbibas izméginasana javeic saskana ar iek$éja bloka
ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai bdtu drosiba, ka visas funkcijas un
iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo temperatdru.
Sildisanas rezima iestatiet augstako ieprogrammeéjamo temperatdru. Darbibas
izmeéginajumu vajadzibas gadijuma var atspéjot.

2 Kad darbibas izméginajums ir pabeigts, iestatiet temperatiru normala liment.
Dzesésanas rezima: 26~28°C, sildiSanas rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 mindtes péc bloka izslégsanas.

8.3.1 Darbibas izméginasana ziemas sezona

Kad gaisa kondicionétaju nepiecieSams darbinat dzeséSanas rezZima ziema, pirms
darbibas izméginasanas veiciet $adus iestatijumus.

FTXP blokiem
1 Nospiediet m,@unvienlaikus.
2 Nospiediet m
3 Atlasiet 7"
4 Nospiediet (@FAN)
5 Nospiediet , lai ieslégtu sistemu.

Rezultats: Darbibas izmeéginasanas proceddra tiks automatiski partraukta
apméram péc 30 minutéem.

6 Lai partrauktu darbibu, nospiediet (CoFF).

FTXF un ATXF blokiem

1 Nospiediet , lai ieslégtu sistému.
2 Nospiediet TE’A\AP, @ un centru vienlaicigi.
3 Nospiediet divas reizes.

Rezultats: 7" paradas displeja. Ir iestatita darbibas izméginasana. Darbibas
izméginasanas procedira tiks automatiski partraukta apmeéram péc
30 minutém.

4 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

INFORMACIA

[ ]
l Darbibas izméginasanas rezima dazas funkcijas NAV pieejamas.

Ja baroSana tiek partraukta sistémas darbibas laika, sistéma automatiski atsak
darbibu, kad tiek atjaunota barosana.
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9 Nodosana lietotajam

Kad parbaude ir pabeigta un iekarta darbojas pareizi, IGdzu, nodrosiniet, lai

lietotajam bUtu skaidra talak sniegta informacija:

= Parliecinieties, vai lietotajs ir izdrukajis dokumentaciju, un lddziet vinam to
saglabat izmantoSanai nakotné. Informéjiet lietotaju, ka pilniga informacija ir
pieejama URL, kas minéta ieprieks Saja rokasgramata.

= |zskaidrojiet lietotajam, ka pareizi darbinat sisttmu un kas jadara, ja rodas
problémas.

= Paradiet lietotajam, kas ir jadara iekartas apkopei.
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10 LikvidesSana

PAZINOJUMS
NEMEGINIET pats demontét sistému: sistémas demontaza, aukstumagenta, ellas un

citu daju apstrade ir javeic saskana ar attiecigo likumdoanu. Bloki ir JAPARSTRADA
specializéta parstrades rlpnica, lai to sastavdalas atkartoti izmantotu.
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11 Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apakskopa ir regionalaja Daikin timek|a vietné (publiski
pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné Daikin Business Portal
(nepieciesama autentifikacija).

11.1 Vadojuma shéma

Elektroinstalacijas shéma tiek piegadata Iidz ar iekartu un ir atrodama aréja
bloka iekSpusé (augséjas plaksnes apakspuse).

11.1.1 Unificetas elektroinstalacijas shemas apzimejumi

lzmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas shema. Dalas ir
atseviski numurétas ar arabu cipariem augosa seciba, numurs parskata ir noradits
ar "*" ka dalas koda sastavdala.

Simbols Nozime Simbols Nozime
—~__  |Jaudas slédzis D Aizsargzeméjums
- Savienojums Aizsargzemejums
(skrave)
e el | Savienotajs ® Taisngriezis
+ Zeme G- Releja savienotajs
HWE- |Aréja @ Issléguma savienotajs
elektroinstalacija
B — Droginatajs o Spaile
{1 lek$éjais bloks mm] Spailu josla
gju'z_\Lm Aréjais bloks o e Vadu skava
Simbols Krasa Simbols Krasa
BLK Melns ORG Oranis
BLU Zils PNK Roza
BRN Brins PRP, PPL Purpurkrasas
GRN Zals RED Sarkans
GRY Peléks WHT Balts
YLW Dzeltens
Simbols Nozime
A*P lespiedshéma (PCB)
BS* Poga IESL/IZSL, iedarbinasanas slédzis
BZ, H*O Zummers
c* Kondensators
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Simbols

Nozime

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*

Savienojums, savienotajs

D*, V*D Diode
DB* Diozu tilts
DS* DIP sledzis
E*H Silditajs

FU*, F*U, (par raksturlielumiem
sk. iespiedshému jasu bloka)

Drosinatajs

FG* Savienotajs (ramja zeméjums)

H* Turétajs

H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzite, gaismas diode

HAP Gaismas diode (apkopes monitors zals)

HIGH VOLTAGE Augstspriegums

IES Viedacs sensors

IPM* Inteligentais baroSanas modulis

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnétiskais relejs

L Zem sprieguma

L* Spole

L*R Reaktors

M* Solu motors

M*C Kompresora motors

M*F Ventilatora motors

M*P Drenazas sikna motors

M*S Automatiskas I1stisu kustibas motors

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnétiskais relejs

N Neitrale

n=*, N=* Ferita serdes tinumu skaits

PAM Impulsu-amplitddas modulacija

PCB* lespiedshéma (PCB)

PM* BaroSanas modulis

PS BaroSanas slédzis

PTC* PTC termorezistors

Q* Izoléta aizvara bipolarais tranzistors
(IGBT)

Q*DlI NoplUdstravas aizsargslédzis

Q*L Parslodzes aizsargs

Q*M Termiskais slédzis

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V18B
Daikin telpu gaisa kondicionétajs
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Simbols Nozime

R* Rezistors

R*T Termorezistors

RC Uztvereéjs

S*C RobeZsledzis

S*L Pludinsledzis

S*NPH Spiediena devéjs (augsts)
S*NPL Spiediena devéjs (zems)
S*PH, HPS* Spiediena slédzis (augsts)
S*PL Spiediena slédzis (zems)
S*T Termostats

S*RH Mitruma sensors

S*W, SW* ledarbinasanas slédzis
SA*, F1S Izladnis

SR*, WLU Signalu uztveréjs

SS* Selektorsledzis

SHEET METAL

Spailu joslas stiprinajuma plaksne

T*R Transformators

TC, TRC Raiditajs

V*, R*V Varistors

V*R DioZu tilts

WRC Bezvadu talvadibas ierice

X* Spaile

X*M Spailu josla (bloks)

Y*E Elektroniska paplasinajumvarsta tinums

Y*R, Y*S Atplides elektromagnétiska varsta
tinums

Z*C Ferita serde

ZF, Z*F Traucéjumu filtrs

Uzstaditaja uzzinu gramata
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12 Glosarijs

Izplatitajs
Attieciga produkta izplatitajs.

Pilnvarots uzstaditajs

Tehniski prasmiga persona, kas ir kvalificéta St produkta uzstadisanai.
Lietotajs

Persona, kas ir $T produkta tpasnieks un/vai ekspluaté $o produktu.
Piemérojama likumdosana

Visas starptautiskas, Eiropas, nacionalas un vietéjas direktivas, likumi,

noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un izmantojami noteiktam produktam
vai sféerai.

Servisa uznémums
Kvalificets uznémums, kas var veikt vai koordinét nepiecieSamo iekartas
remontu.

UzstadiSanas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju rokasgramata,
kura izskaidrota uzstadisana, konfiguré$ana un uzturésana.

Ekspluatacijas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju rokasgramata,
kura izskaidrota ekspluatacija.

Apkopes instrukcijas
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju rokasgramata,
kura izskaidrota (ja nepieciesams) uzstadisana, konfigurésana, ekspluatacija
un/vai uzturésana.

Piederumi
Uzlimes, rokasgramatas, informacijas lapas un aprikojums, kas ieklauts
iekartas komplektacija un kas ir jauzstada atbilstosi pavadosaja
dokumentacija sniegtajam instrukcijam.

Papildu aprikojums
Aprikojums, kuru raZzojis vai apstiprinajis uznémums Daikin, un kuru
iespéjams kombinét ar $o produktu atbilstosi pavadoSaja dokumentacija
sniegtajam instrukcijam.

Aréjie piederumi
Aprikojums, kuru Daikin NERAZO un kuru var kombinét ar izstradajumu
saskana ar instrukcijam piegadataja dokumentacija.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B 4 DAIKIN Uzstaditaja uzzinu gramata
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