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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatdsa

Célk6z6nség

Képesitett szerel6k

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt

anyagok megfeleljenek a Daikin utasitasainak és a jogszabalyi elGirdsoknak, és a
munkat kizarolag szakember végezze el. Eurépdban, valamint az IEC szabvanyokat
hasznalé terileteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozd szabvany.

INFORMACIO

Ez a dokumentum csak a kiltéri egység felszerelésével kapcsolatos informaciokat
tartalmazza. A beltéri egység beszereléséhez (a beltéri egység felszerelése,
hiit6kozeges6 csatlakoztatasa a beltéri egységhez, elektromos hozalozas bekotése a
beltéri egységre...) lasd a beltéri egység szerelési Gtutatojat.

i @

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez&kbdol all:

= Altalanos biztonsagi elGirasok:
- Biztonsagi utasitasok, melyeket Gizembe helyezés el6tt el KELL olvasni
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozdban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Uzembe helyezés elékészitése, referencia adatok...

- Formatum: Digitdlis formaban is elérhets: http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

A mellékelt dokumentacid legljabb verzidjat a regiondlis Daikin webhelyen vagy
forgalmazojatdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irddott. A mas nyelvd kiaddsok ennek
forditdsai.

Mdiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legljabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzi¢janak teljes dokumentacidjat a Daikin Business
Portal (jelszd szikséges) szerezheti be.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
R32 split rendszer( klimaberendezések
4 4P519439-12M - 2021.02


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

2 | Altaldnos biztonségi dvintézkedések

2 Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

2.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl kiadasok ennek

forditasai.

= A dokumentumban leirt dvintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed
le, ezért pontosan kovesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési

beszereléshez adott referencia

kézikbnyvben, valamint a
Utmutatéban leirt 6sszes tevékenységet CSAK az

erre jogosult szakember végezheti el.

2.1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.

Aramiités veszélye.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

il

forrazas veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hémérséklet miatt fennall az égés/

IS

Robbands veszélye.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

-1 O BB P

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikdnyvet.

|||I Tovabbi informéciokat az "Referencia Gtmutatd a

beszereléshez és a haszndlathoz" kiadvanyban talal.
‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jellés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "w 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.

@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tdblazatat"
jelenti.

2.2 Aszerel6nek

2.2.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazdéjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= MUkodés kozben vagy kozvetlentl utdana NE érintse meg a hité- és vizcsoveket
vagy a bels@ alkatrészeket. Azok h6mérséklete tulsdgosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfelel6 h6mérsékletliek lesznek. Ha
mindenképpen meg kell érintenie azokat, viseljen véddékeszty(it.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargo h(itéfolyadékot.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatasa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarélag a Daikin altal gyartott vagy jovahagyott
tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket hasznaljon.

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivdlasztasa a vonatkozo torvényi elGirasok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Utmutatdsok betartasa mellett).

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
véddfelszerelést (védBkesztylit és -szemiiveget stb.).

ZAN
A
A FIGYELEM
A
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FIGYELEM

A mUanyag csomagolé tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy a gyermekek
véletlendl se jatszhassanak vellk. Lehetséges kockazat: fulladas.

FIGYELEM

Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felallni.

MEGJEGYZES

A kultéri egységen végzett munkakat ajanlott széraz idGjarasi kortlmények kozott
végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

@ BB B P

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzdkonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldabb a kovetkezé informacidkat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatas a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltdsag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé dtmutatdsokat.

2.2.2 Felszerelés helye

= Az egység korll legyen elegendd tér a szereléshez és szell6zéshez.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6zényildsokat.
= Gy6zEdjon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egységet az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetben.

= Elektromdgneses hullamokat kibocsdté gépek kozelében. Az elektromagneses
hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a berendezés hibajat okozva.

= Tlizveszélyes kornyezetben, ahol fennall a gyulékony anyagok (példaul higitd vagy
Uzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve ahol szénszalak vagy gyulékony por
taldlhatd.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz) termelddik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.
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Utmutatasok R32 hiit6kozeget hasznalé berendezéshez

@ FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG
Az egység belsejében kering6 hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a berendezés tisztitashoz
KIZAROLAG a gyarté altal javasolt eszkozoket hasznélja.

= Az R32 hiit6kozeg nem tartalmaz szaganyagokat.

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mdikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodd
gazkészllék vagy elektromos fit6berendezés).

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi elGirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM

Ha egy vagy tobb helyiség van Gsszekotve az egységgel csérendszeren keresztil,
akkor tgyeljen az aldbbiakra:

> B B PP

= nem m(ikodhet allando gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikods gazkészilék vagy
elektromos flt6berendezés) a helyiségben, ha a padldszint alacsonyabb, mint a
minimalis alapterilet A (m?) értéke;

" a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést telepiteni, amely potencialis
gyujtéforras lehet (példaul: 700°C folé melegedd felllet vagy elektromos
kapcsoldoberendezés);

= kizarélag a gyartd dltal jévahagyott segédberendezések hasznalhatok a
csOszereléshez;

= a leveg8bemenet ES kimenet kézvetleniil, csGvezetéken keresztiil csatlakozzon
ugyanazon helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl. az dlmennyezet a
levegd be- vagy kimenetéhez.

MEGJEGYZES
= Ovintézkedéseket kell tenni a h(it6kozegesdveket éré tulzott rezgés vagy pulzélds

elkerilése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a lehetd legnagyobb
mértékben védeni kell a karos kornyezeti hatdsokkal szemben.

® HosszU cs6vezetékekenél gondoskodni kell a csovek taguldsdnak és
zsugorodasanak kezelésérdl.

= A h(t6kozeg-rendszereket Ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karositd hidraulikus sokk lehet6sége.

= A beltéri berendezést és cséveket biztonsagosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlendl a butorok
mozgatdsa vagy felujitasi munkak kozben.
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vagy azonositasahoz.

VIGYAZAT
SOHA NE hasznaéljon potencidlis gyujtéforrast a hlt6kdzeg-szivargas kereséséhez
@ MEGJEGYZES

* NE hasznalja Ujra a mar haszndlt idomokat és a réz tomitégyriket.

= A h(it6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatdsara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

Beszerelési tér elGirasai

FIGYELEM
Ha az alkalmazas soran R32 h(it6kozeget hasznalnak, akkor annak a helyiségnek az

alapteriilete, ahova a késziilékeket beszerelik, lizemeltetik és taroljak, MINDENKEPP
nagyobb legyen, mint az aldbbi tablazatban meghatarozott minimalis alapterilet A
(m?). Ez vonatkozik a kévetkez8kre:

= Olyan beltéri egységek, melyekben nincs h(it6kozeg-szivargast észleld szenzor,
olyan beltéri egységek esetében, melyekben van h(it6kozeg-szivargast észleld
szenzor, olvassa el a szerelési Utmutatot

= Beltérben felszerelt vagy tarolt kiltéri egységek (pl.: télikert, gardzs, gépterem)

MEGJEGYZES
= A csGvezetékeket védeni kell a mechanikai karosodastol.

= Aleheté legkevesebb csévezetéket hasznalja.

A minimalis alapteriilet meghatarozasa

1 Hatdrozza meg a rendszerbe toltott dsszes h(tékdzeg mennyiségét (= gyari
hlt6kozeg-mennyiség @ + ® utantoltott hiit6kozeg mennyisége).

M Contains fluorinated greenhouse gases

0 |k
GWP: xxx @ =:kg

(2]
I_. 9 90+0- |kg
GWP x kg
Al oo | tCO,eq

2 Vilassza ki, melyik dbrat vagy tablazatot kivanja hasznalni.

» Beltéri egységekhez: Az egység mennyezetre er@sitett, falra szerelt vagy
padldra dllitott készulék?

= Beltérbe szerelt vagy tarolt kiltéri egységek esetében ez a beszerelési
magassagtol fugg:

Ha a beszerelési magassag... Akkor a kévetkez6 abrat vagy tablazatot
hasznalja...

<1,8m Padldra dllitott egységek

1,8<x<2,2 m Falra szerelt egységek

>2,2m Mennyezetre ersitett egységek

3 Az dabravagy a tablazat segitségével hatdrozza meg a minimalis alapteriletet.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

o /‘; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
S / ] unit@ unit® unit©
;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kg) A (m?)
690 /i1 | <1842 — <1.842 — £1.842 —
] L1 ]| 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
s s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
Tl i § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
520 / 5 24 474 2.4 5.79 24 49.0
8105 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / j 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
S0 : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 : 34 7.32 34 10.9 34 98.4
st i 36 8.20 36 12.3 36 110
190 : 38 9.14 38 13.7 38 123
P 2 ‘ 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ ; 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
P ‘§7 } 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
420 S s 4.6 13.4 46 20.0 46 180
:;gztoo 2 1| a8 14.6 4.8 21.8 48 196
D S 5 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T ! 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 j 5.4 18,5 5.4 27.6 5.4 248
< ¥y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
0 g 58 213 58 318 5.8 286
i g 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
250 ; 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 412 6.6 371
12 j 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
150 } 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
0% 3 7.2 3238 7.2 49.0 7.2 441
JRC] ] 74 34.7 ;.g 21 .2 ;.g igg
10 j 76 36.6 . . .
B0 1| 78 385 78 575 7.8 518
"o ; 8 405 8 60.5 8 545
0D BEn = 8.2 42.6 8.2 63.6 8.2 572
ne onted Ut ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 ﬂa\rﬂ e 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
0+ — e —nteduntt : 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
02 T [Celng : 9 513 9 76.6 9 689
01.5 22126] 3 34]38]42]46] 5[54]58]62]66] 7 [74]78]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
127247283236 4 44 4852 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 955! 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m Arendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége
A... A minimalis alapterilet
(a) Ceiling-mounted unit (= Mennyezetre er@sitett egység)
(b) Wall-mounted unit (= Falra szerelt egység)
(c) Floor-standing unit (= Padldra éllitott egység)

2.2.3 HU(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informacidkért tekintse meg alkalmazasa szerelési
kézikonyvét vagy szerel6i referencia-Utmutatoéjat.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
el6irasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvdany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

FIGYELEM

A tesztelés soran SOHA ne helyezze a terméket a maximalis engedélyezett nyomasnal
(amely az egység adattablajan lathatd) nagyobb nyomas ala.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
10 R32 split rendszer( klimaberendezések
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2 | Altaldnos biztonségi dvintézkedések

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

>

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggdz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hltékozeg szivarog a hiitékorbdl:

2N
D

I
r

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden hit6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A miikodé kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbandsr okoz.

® Hasznaljon kilon begyljt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM

A h(itéfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
VakuumszivattyUval szivattylzza ki a felszerelést.

MEGJEGYZES

Miutan minden csoévet csatlakoztatott, ellendrizze, hogy nincs-e gazszivargas.
Nitrogénnel hajtson végre gazszivargas-ellendrzést.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb
hltékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen KELL végezni.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. A h(tékozeg feltoltése csak a
szivargasteszt és a vakuumszivattyUs szaritas végrehajtasa utan végezhetd el.

P> o o P

Lehetséges kovetkezmény: A kompresszor ongyulladédsa és felrobbandsa a mikodé
kompresszorba kerl6 oxigén miatt.

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat. A tablardl leolvashaté a
hasznalhato hiit6kozeg tipusa és a sziikséges mennyiség.

= Az egység gyarilag fel van toltve hiitékozeggel. A cséméretektél és -hosszaktdl
fliggben egyes rendszerek tovabbi hiit6kozeg-feltoltést igényelhetnek.

Csak a kifejezetten a rendszerben haszndlatos hlit6kozeghez megfeleld eszkdzok
hasznalatdval biztositsa a nyomasellendllast, és akadalyozza meg az idegen
anyagok bejutdsat a rendszerbe.

= A h(it6kozeg-folyadék feltoltése:

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

Ha Ezutan
Egy szifoncsé van jelen Toltéskor forditsa felfelé a hengert.
(példaul: a hengeren a “folyadék
feltoltéséhez szlikséges szifonnal
ellatva” felirat olvashato)

Egy szifoncsé NINCS jelen Toltéskor forditsa lefelé a hengert.

:

= A hiit6kozeget folyadék allapotban toltse fel. Ha gdz allapotban adja hozzd, az
megakaddlyozhatja a megfeleld mikodést.

VIGYAZAT
Ha a hiit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a h{t6kdzegtartdly szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hlit6kozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kdvetkezmény:
Hibas hit6kozeg-mennyiség.

= Lassan nyissa ki a h(it6kozeghengereket.

2.2.4 Elektromos

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden daramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= A szervizfedél eltdvolitdsa utdan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategdriaju tulfesziltség [épne fel.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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A

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gyd6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése a torvényi elGirasoknak
megfelel6en tortént-e.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiils6 nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kilon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitét. Ennek elmulasztdsa
aramutéshez vagy tlizhoz vezethet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellenérizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

VIGYAZAT

= Atapkébel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kdsse be, és csak azutan
a tdpvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutan a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk kozotti tapvezetékek
hosszat ugy kell beallitani, hogy véletlen széthluzodaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldel6vezetéké.

®

MEGJEGYZES

Ovintézkedések a tapkabelek fektetéséhez:
N N
( ][ eon O
v X X
* NE csatlakoztasson kilonb6z8 vastagsagl vezetékeket a tapfesziltség

csatlakozéblokkjara  (a  tapkadbel lazasdga abnormalis  hémérsékletet
eredményezhet).

= Az azonos vastagsagu vezetékeket a fenti abrdn lathaté médon csatlakoztassa.

® A huzalozdshoz hasznalja a kijelolt tapkabelt, és biztonsagosan csatlakoztassa,
majd rogzitse, hogy ne érhesse kils6 nyomas a csatlakozétablat.

= A csatlakozocsavarok meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzoét. A kis fejd
csavarhuzok kart tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfeleld
meghuzast.

= A csatlakozécsavarok tul szoros meghtzasa eltorheti 6ket.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az elektromos dobozban
minden elektromos alkatrész és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezérta-e a fedeleket.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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MEGJEGYZES
Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas hdromfazisu, és a kompresszor BE/KI

kapcsoléval indithato.

Ha fennall az ellenfazis lehet6sége egy pillanatnyi aramsziinet utan, és a termék
mikodése kozben megszlinik, majd helyreall a tapellatas, csatlakoztasson helyben
egy ellenfazisvéd6 aramkort. A termék ellenfazisban valé miokodtetése a
kompresszor és mas alkatrészek meghibdsoddsahoz vezethet.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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3 A szerel6knek sz6lo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Egység beszerelése (lasd "6 Az egység felszerelése" [» 25])

FIGYELEM
Az Uzembe helyezést az izembe helyezd szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt

anyagoknak és a rendszer 6sszeallitdsanak meg kell felelnie a vonatkozé el&irdsoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

Beszerelési helyszin (lasd: "6.1 A berendezés helyének elGkészitése" [» 25])

VIGYAZAT

® Ellenérizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység sulyat. A hibas felszerelés
veszélyt okoz. Emellett vibracid és szokatlan mikodési zaj is jelentkezhet.

= NE szerelje fel az egységet Ugy, hogy az a mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel
ez vibracidt okozhat.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik allandé gyujtoforras
(példaul: nyilt lang, mkodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

® Hagyjon elégséges szerelési teret.

Az egység kinyitasa/bezarasa (lasd: "6.2 Az egység felnyitasa és lezarasa" [» 29])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

c VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

H(it6kozegcsovek csatlakoztatasa (lasd: "7.2 A h(it6kdzegesdvek
csatlakoztatasa" [» 34])

VIGYAZAT
= A szdllitds soran R32 hit6kozeggel toltott egységeken nem lehet helyszini

forrasztast vagy hegesztést végezni.

= A h(t6rendszer beszerelése kdzben, amennyiben legaldbb egy csatlakoztatott
rész hitokozeggel van feltoltve, az aldabbi koévetelményeket kell betartani:
lakoterekben tilos oldhatd kotést létrehozni az R32 h(itékozeg csatlakozasai
kozott, kivéve a beltéri egységet kdzvetlenll a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotést. A beltéri egységet kozvetlenll a csévezetékhez kapcsold,
helyszinen elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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VIGYAZAT
® Haszndlja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerilése érdekében csak a perem belsejére vigyen fel hiit6kozeg-
olajat. Haszndljon R32-hoz vald h(itégépolajat.

® NE hasznadlja Ujra az idomokat.

VIGYAZAT
® NE haszndljon dsvanyi olajat a peremezett részen.
* NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritét az R32
egységhez. A szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

FIGYELEM

A kompresszor bekapcsoldsa el6tt a hitékozegesoveket készre kell szerelni. Ha a
hiitékozegcsovek még NINCSENEK bekotve és az elzardszelep nyitva van, akkor a
kompresszor bekapcsoldsakor leveg6t sziv a rendszer. Ez rendellenes nyomast hoz
|étre a hiit6korben, és a berendezés karosodasahoz, s6t sériléshez vezethet.

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés hlit6kozeg-szivargast okozhat.

®= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

" Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

VIGYAZAT

A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a szelepeket. Ellenkezd esetben
gazszivargas jelentkezhet.

> B B B P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

NE inditsa el az egységet, amig vakuum alatt van.

Hiit6kozeg feltoltése (lasd: "8 HiitSkozeg feltoltése" [» 43])

FIGYELEM

Az egységben haszndlt hiit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes, de altaldban NEM
szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hltékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy flitGszallal érintkezik, az tlzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

>

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flit6készlléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

= Csak R32 h(it6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbandst és balesetet
okozhatnak.

>

= Az R32 fluorozott, Gveghdazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és véddszemiiveget.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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VIGYAZAT

A kompresszor meghibdsoddsanak elkerilése érdekében NE toltson a megadott
mennyiségnél tobb hitékozeget.

FIGYELEM

Az esetleg szivargd hiit6kozeg SOHA ne érjen a bdérhoz. Ellenkezd esetben sulyos
fagyasi sériilés keletkezhet.

> B

Al

Elektromos bekotések (lasd: "9 Elektromos felszerelés" [» 47])

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési elSirdsok szerint kell beszerelni.

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a vonatkozd jogszabalyoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie a vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM

® Ha a tapellatasban hidnyzo vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a
berendezés nem fog mékodni.

> PP

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a sziikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kilonosen a magas nyomasu
oldalon.

= NE haszndljon mulanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket, sodort
vezetékeket,  hosszabbitékdbelt  vagy  csillag  rendszerbél  szarmazd
csatlakozdsokat. Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tlizet okozhatnak.

® NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM
MINDIG tobb eres kabelt hasznaljon a tapellatas kabeleihez.

FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakitd kapcsoldt, és hagyjon legalabb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit lll-as kategdridju
tulfesziltség esetében.

> B

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

>
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3 | A szerel6knek sz6l6 biztonsagi utasitasok

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tdpvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramutést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM
= NE hasznéljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken beldl.

= NE viélassza le az elvezet@szivattyl stb. tapellatasat a csatlakozoblokkrol. Ez
aramutést vagy tiizet okozhat.

FIGYELEM

Az OsszekotSkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrésodhatnak.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az 6sszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is beleértve) a tapellatasrol kapja a
fesziltséget. Csupasz kézzel NE érintse meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések pontos
helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

> B> B B P

A beltéri egység felszerelésének befejezése (lasd: "10 A kiiltéri egység
felszerelésének befejezése" [» 52])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

® Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfelel6en foldelve legyen.

>

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tdpellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a kapcsolédoboz fedelét.

Konfiguracio (lasd: "11 Konfiguracié" [» 53])

FIGYELEM

A csatlakozd levalasztasa vagy csatlakoztatasa el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a
tapellatas f6kapcsoldja ki van kapcsolva.

>

7

Belizemelés (lasd: "12 Belizemelés" [» 55])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

> B

SzerelGi referencia-Utmutato
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3 | AszerelSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

VIGYAZAT
A beltéri egységeken valé munka kozben NEM szabad prébaiizemeltetést végezni.

A prébatizem alatt NEM csak a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek is
mikodnek. A probalizemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> P

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventildtorvéddt NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sérilést okozhat.

Karbantartas és szerelés (lasd: "14 Karbantartas és szerelés" [» 59])

7

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

> B B

FIGYELEM

= Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat elkezdi, MINDIG ellendrizze, hogy
az aramforraspanelen a haldzati megszakitd le van-e kapcsolva, tavolitsa el a
biztositékokat, vagy kapcsolja vissza az egység védGberendezéseit.

* Az elektromos alkatrészekhez az aramtalanitas utdn még 10 percig NE érjen
hozza, mert azok nagyfeszlltséget adhatnak le.

= Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei felforrésodhatnak.
= Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezetd részeket.

= Az egységet NEM szabad b§ vizzel lemosnil Ez dramUtést vagy tizet okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Ezt a kompresszort csak foldelt rendszerben szabad hasznalni.
= A kompresszor szervizelése el6tt kapcsolja ki az dramellatast.

= Szervizelés utan szerelje vissza a kapcsolddoboz fedelét és szervizfedelet.

VIGYAZAT

Mindig viseljen védGkeszty(it és védGszemiveget.

> > b

VESZELY: ROBBANASVESZELY
= A kompresszor eltavolitdsahoz hasznaljon csévagot.
* NE hasznaljon keményforraszto pisztolyt.

= Csak jovahagyott hiit6kozegeket és kenGanyagokat hasznaljon.

>

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.
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3 | A szerel6knek sz6l6 biztonsagi utasitasok

Hibaelharitas (lasd: "15 Hibaelharitas" [» 61])

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

ﬁ VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
® Miel6tt megvizsgalna a berendezés kapcsoldodobozat, MINDIG ellendrizze, hogy a

berendezés le van-e valasztva az aramellatasrél. Kapcsolja ki a megfelel6
megszakitot.

" Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalodott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad kiiktatni vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
maddositani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM

A hémegszakitd véletlen visszaallitdsa miatti balesetek elkerilése érdekében a
berendezést TILOS kilsé kapcsoldeszkdzzel ellatni, példaul idézitével, vagy olyan
aramkorhoz csatlakoztatni, amelyet a kozmd rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

>

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

" Ha az egység nem Uzemel, a PCB panelen a LED-ek kikapcsolnak
energiatakarékossagi céllal.

>

= A csatlakozdblokk és a PCB akkor is dram alatt lehet, ha a LED-ek nem vilagitanak.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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4 | A doboz bemutatasa

4 A doboz bemutatasa

4.1 Attekintés: A doboz bemutatasa

Ez a fejezet ismerteti, hogy mi a teendd azt kovetden, hogy a kiltéri egységet
tartalmazé doboz megérkezett a helyszinre.

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Kiszallitdskor az egység sértetlenségét ellenérzni KELL. Barmilyen sérilést azonnal
jelezni KELL a szallitmanyozo reklamacios tgyintézdjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kodzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megeldzze a szallitas sordn okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon keril az egység a felszerelési helyére.
= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

m Torékeny, az egységet dvatosan kell kezelni.
Az egység maradjon allé helyzetben, hogy ne sériljon meg.

Az egységet ne érje es@viz vagy nedvesség.

@ Az egység megemeléséhez LEGALABB 2 emberre van szlkség.

4.2 Klltéri egység

4.2.1 Akultéri egység kicsomagolasa

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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VIGYAZAT

Csak a kovetkez6knek megfelelGen kezelje a kiltéri egységet:

e

7

v
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itsa el a tartozékokat a csomag aljarol.

2 Tavo

a Altaldnos biztonsagi el8irasok

b Kiltéri egység szerelési kézikonyve

lveghazhatast okozo gazokrdl

’

¢ Cimke a fluortartalmu
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4 | A doboz bemutatasa

d Fluorozott, Uveghdzhatadsu gazokra figyelmeztetd tobbnyelv(i cimke
e Lefolydszelep (a csomagolas aljan talalhatd)
f Energiacimke
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5 Az egység bemutatasa

@ FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG
Az egység belsejében kering6 hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

5.1 Attekintés: Egységek és opcidk

A fejezet az alabbiakrdl ad tajékoztatast:

= A kUltéri egység azonositdsa

5.2 Azonositas

MEGJEGYZES
Tobb készilék egyszerre torténd lizembe helyezése vagy szervizelése esetén tgyeljen

ra, hogy NE cserélje 6ssze a kilonb6zé modellek szervizpaneljeit.

5.2.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység

Helye

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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6 | Az egység felszerelése

6 Az egység felszerelése

FIGYELEM

Az Uzembe helyezést az izembe helyez6 szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt

anyagoknak és a rendszer 6sszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozé el6irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

Ebben a fejezetben

6.1

6.2

6.3

A berendezés helyének el6készitése

6.1.1 A kultéri egység felszerelési helyére vonatkozo kovetelmények

6.1.2 A kiltéri egység felszerelési helyére vonatkozd tovabbi kdvetelmények hideg éghajlat esetén..........cccceveeee.

Az egység felnyitdsa €S EZArdSa .......ooiiuiieiiieii s
6.2.1 Az egységek kinyitdsdnak bemutatasa

6.2.2 A kultéri egység felnyitasa

6.2.3 A kultéri egység lezérasa

A kultéri egység felszerelése

6.3.1 A kultéri egység felszerelésérd|

6.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésénél ...

6.3.3 Az Uzembe helyezés szerkezetének létrehozasa....

6.3.4 A kultéri egység felszerelése

6.3.5 A kondenzviz-elvezetés biztositasdhoz...

6.3.6 AkUltéri egység ledlésének MegakadalyOzZasa ... ...cooveuiiiiiiiiiieieiceeee e

6.1 A berendezés helyének el6készitése

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

VIGYAZAT

= Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység sulyat. A hibas felszerelés
veszélyt okoz. Emellett vibracio és szokatlan miikodési zaj is jelentkezhet.

* Hagyjon elégséges szerelési teret.

= NE szerelje fel az egységet gy, hogy az a mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel
ez vibraciét okozhat.

= Olyan helyet vélasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg leveg6 vagy a mikodés zaja
senkit NEM zavar.

= Az egység koril legyen elegendé tér a szereléshez és szell§zéshez.

KerUlje az olyan helyeket, ahol gyulékony gaz szivaroghat.

A kép- vagy hanginterferencia megel6zése érdekében Ugyeljen arra, hogy a

kommunikdcids kdbelek és a tdpkabelek legaldbb 3 méter tavolsagra legyenek a

tévé- és radidkészulékektdl.

hogy 3 méter tdvolsag sem elégséges.

A radidjel hulldmhosszatdl fuggben elképzelhetd,

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
R32 split rendszer( klimaberendezések
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6 | Az egység felszerelése

MEGJEGYZES

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kultéri egység ala, mert a targyak

elazhatnak. Az egységen vagy a

hitékozegesovein lecsapddott

kondenzviz, a levegdszlir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltomd&dése miatt viz
csopoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala tett targyban vagy beszennyezheti

azokat.

®
A

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik allandod gyujtoéforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

6.1.1 Akultéri egység felszerelési helyére vonatkozo kdvetelmények

INFORMACIO

A kovetkez§ elSirdsokat is olvassa el:

= "2 Altaldnos biztonsagi évintézkedések" [» 5].

= "7.1.3 H(t6kozegess hossza és szintkilonbsége" [» 34].

Vegye figyelembe a térkozokkel kapcsolatos kdvetkez§ irdnyelveket:

Wb b+ 4b [>100

=
g | —

§ 44 tb |>150

N

=
|

(mm)

a Levegbkimenet
b LevegSbemenet

®

MEGJEGYZES

A kultéri egység kimeneti oldaldn a fal magassaganak <1200 mm-nek KELL lenni.

®

MEGJEGYZES

* NE helyezze egymadsra az egységeket.

= NE flggessze a mennyezetre az egységet.

A kiltéri egység levegSkimenetét éré erds szél (=18 km/h) rovidzarlatot okoz (az
elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= a mUkodési teherbiras csokkenése,

= gyakori fagyasi gyorsulds a f(itési Gzemmadban,

= a mUkodés megszakaddsa az alacsony nyomas csdkkenése vagy a magas nyomas
novekedése miatt;

= a ventildtor karosoddsa (ha folyamatosan erds szél éri a ventildtort, el6fordulhat,

hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 | Az egység felszerelése

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

Ajanlott ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a leveg6bemenet a falra nézzen, és
NE legyen kozvetlenll kitéve a szélnek.

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
¢ LevegSkimenet

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:

= Zajérzékeny terlleteken (pl. Halészoba kozelében), igy a mikddés hangja nem
lesz zavaro.

Megjegyzés: Ha tényleges (zembe helyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kornyezeti hang- és zajvisszaverddés miatt a mért érték magasabb lehet a
mUszaki adatok kézikonyvében, a Hangspektrumban emlitett
hangnyomadsszintnél.

. INFORMACIO
l A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Ahol &svényolajpéra, olajos permet vagy g6z lehet a leveg6ben. A mianyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmivekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy ltgos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen rd, hogy a kiltéri egységet NE érje
kozvetlendl sos levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegé okozta korroziot,
ami az egység élettartamanak csokkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széItél védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HBBHHA

]| [

Ha a kiltéri egységet kozvetlendil eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogdt.
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6 | Az egység felszerelése

= Szélfogd magassaga>1,5xkiltéri egység magassaga

= A szélfogo felszerelésekor Ugyeljen a szerelési tér elGirdsaira.

d
C
[E] b
(mm|
(mm|
a (mm|
» d m
c D
M o o

Tengeri szél
Epilet

Kultéri egység
Szélfogd

O n T O

A kiltéri egységet kizardlag kiltéri haszndlatra, és az alabbi tdbldzatban szerepld
kornyezeti hémérsékletre tervezték (hacsak masként nincs megadva a
csatlakoztatott beltéri egység hasznalati Utmutatdjaban).

Modell Hiités Flités
RXM-R, ARXM-R —-10~50°C DB —20~24°C DB
RXA-A, RXJ-M —-10~46°C DB —15~24°C DB

6.1.2 AKkultéri egység felszerelési helyére vonatkozo tovabbi kovetelmények hideg éghajlat

esetén

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastél, és Ugyeljen ra, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a hoé.

a Hotol véds fedél vagy filke
b Allvany

¢ Uralkodé szélirany

d LevegSkimenet

Ajanlott legaldbb 150 mm (er8s havazdsnak kitett terlleteken 300 mm) szabad
helyet hagyni az egység alatt. Emellett Ugyeljen arra is, hogy legaldbb 100 mm-rel
magasabban helyezze el az egységet, mint a varhaté legmagasabb hdszint. Szikség

esetén helyezze allvanyra. Tovabbi informaciokat lasd: "6.3 A kiltéri egység
felszerelése" [» 30].

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 | Az egység felszerelése

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlentl ugy kell megvalasztani, hogy a hé az
egység mikodését NE zavarja. Ha a ho oldalirdnybdl is eshet, akkor gondoskodni
kell réla, hogy NE eshessen hd a hdcseréld spirdlra. Szikség esetén hasznaljon
hotakaro fedelet vagy ponyvat és allvanyt.

6.2 Az egység felnyitasa és lezarasa

6.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa

Bizonyos id6kodzonként fel kell nyitni az egységet. Példa:
= A h(it6kozegcsovek csatlakoztatasakor
= Villamossagi bekotések elvégzéséhez

= Amikor karbantartast vagy szervizelést végez az egységen

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

6.2.2 AKkultéri egység felnyitasa

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

6.2.3 AKkuUltéri egység lezarasa

MEGJEGYZES
A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzonyomaték NE

|épje tul a 1,3 Nem értéket.
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6 | Az egység felszerelése

6.3 AkuUltéri egység felszerelése

6.3.1 Akultéri egység felszerelésérdl

Mikor
A kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a h{t6kozegesdveket

csatlakoztathatna.

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemzen a kovetkezd |épésekbdl all:
1 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositdsa.

2 Akultéri egység felszerelése.

3 kondenzviz-elvezetés biztositasa.

4 Az egység leddlésének megakadalyozasa.

6.3.2 Ovintézkedések a killtéri egység felszerelésénél

INFORMACIO

o
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirdasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi 6vintézkedések" [» 5]

= "6.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 25]

6.3.3 Az (izembe helyezés szerkezetének létrehozasa
Ellendrizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az egység ne vibraljon,
és ne okozzon zajt.

Hasznaljon vibracidcsokkentd gumilapot (nem tartozék) olyan esetekben, amikor a
vibracié atterjedhet az éplletre.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.

Készitse el az M8 vagy M10 alapozatcsavarok, anyak és csavaralatétek 4 készletét
(nem tartozék).

Rallnl
I

20 mm
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6 | Az egység felszerelése

a 100 mm a varhato hoészint felett

6.3.4 AKkultéri egység felszerelése

®

AN

6.3.5 A kondenzviz-elvezetés biztositasdhoz

Gy6z8djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfelelSen el lehet vezetni.

Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehetévé teszi a megfeleld elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Készitsen egy vizelvezet§ csatorndt az alap korll, mely elvezeti a kondenzvizet az
egységhdl.

Gondoskodjon réla, hogy az elvezetett viz NE a jarddara folyjon ki, hogy fagypont
alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszdéssa.

Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizalld lemezt is az egység aljatdl
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsat az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezs illusztraciot).

VN

/ N
W)
l(f
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6 | Az egység felszerelése

a kitrtlé kondenzviz NE FAGYHASSON meg.

MEGJEGYZES

Ha a kiltéri egység kondenzviz-kivezetd nyilasait az alapzat vagy az aljzat takarja,
akkor tegyen tovabbi magasitast az egység ald, hogy legaldbb 30 mm magasan
legyenek a kultéri egység labai.

MEGJEGYZES
Ha a beszerelési hely hémérséklete alacsony, tegye meg a szlkséges Iépéseket, hogy

° INFORMACIO

l Az elérhet6 opciokroél tudakozddjon a forgalmazotol.

1 Avizelvezetéshez hasznaljon lefolydszelepet.

2 P16 mm-es tdmlbt hasznaljon nem tartozék).

TS

Lefolyodszelep

Alsé keret
Kondenzviz-lefolyd
Tomlé (nem tartozék)

o n T O

6.3.6 Akultéri egység ledblésének megakaddlyozasa
Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erds szél megdontheti az
egységet, tegye a kovetkez6t:
1 Készitsen el6 2 kdbelt a kovetkezd illusztracidn jeldlt mddon (nem tartozék).
2 Helyezze a 2 kdbelt a kiiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kdbelek és a kiltéri egység kozé, hogy a kdbelek ne
karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa a kabelek végét.

Huzza meg a kabeleket.
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7 | A csovek felszerelése

7 A csOvek felszerelése

Ebben a fejezetben

7.1

7.2

7.3

A hiit6kozegesovek el6készitése

7.1.1 A hit6kézegesovekre vonatkozd kovetelmények ..
7.1.2 A h(it6kozegesovek szigetelése..................
7.13 HUit6kozeges6 hossza és szintkilonbsége .
A hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa ...
7.2.1 A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa....... . 34
7.2.2 A h(it6kozegesovek Osszekotésével kapesolatos biztonsagi eléirdsok...
7.2.3 Utmutaté a hiitékozegesovek sszekotéséhez ..
7.2.4 CsGhajlitasi Gtmutatd ..o .. 36
7.2.5 A cSOVEE tOKOZASA ... .37
7.2.6 Elzardszelep és szervizcsatlakozo hasznalata.

7.2.7 A h(it6kozegesovek csatlakoztatasa a kiltéri egységhez ... 39
A hlitékozegesovek ellenbrzése ......ooovvvennnene. .39
731 A hiitékozegesovek ellenérzése.............. 39
7.3.2 A hit6kozegesovek ellendrzésévek kapcsolatos biztonsagi elGirasok... 40

7.1 A h(tékozegcsovek el6készitése

7.3.3 A SZIVArgas ellenBrzéSse.......oooveiiieinieiieeieeeeee e .. 40

7.3.4 VéakuumszivattyUs szaritds végrehajtasa.... 41
7.1.1 A h(it6kozegcsovekre vonatkozo kdvetelmények

. INFORMACIO

l Olvassa el az elSirdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi

ovintézkedések" [» 5] fejezetben.

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomastarto alkatrészeket kell
hasznalni. A h(t6kozegesovek elbirt anyaga a hit6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= CsOszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= Hollandianyas kétések: Kizaro

ag lagyitott anyagot hasznaljon.

= Cs6atmérdk:

Folyadékcsévek @6,4 mm (1/4")
Gazcsovek @9,5 mm (3/8")
= A cs6 keménységi foka és falvastagsdga:
Outer diameter (@) Temper grade Thickness (t)®
6.4 mm (1/4") Annealed (O) >0.8 mm \"@1
9.5 mm (3/8") Annealed (O)

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl fliggen (Iasd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagu csGvezetékre lehet sziikség.
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7 | A csovek felszerelése

7.1.2 A hU(it6kozegesovek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezbje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) kozott van

- amelynek héallésaga legaldbb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cs6 kiilsé atmérdje (@,) | Szigetelés belsé atmérdje | Szigetelési vastagsag (t)
(@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ pdaratartalom meghaladja
a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legaldbb 20 mm vastagnak kell lennilk,
hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a szigetelés fellletén.

7.1.3 HUt6kodzeges6 hossza és szintkllonbsége

Mit? Tavolsag
Megengedett legnagyobb cs6hossz 20m
Megengedett legkisebb cséhossz 1,5m
Megengedett legnagyobb szintkilonbség 15m

7.2 A h(t8kozegcsovek csatlakoztatasa

VIGYAZAT
= A szallitds soran R32 hiit6kozeggel toltott egységeken nem lehet helyszini

forrasztast vagy hegesztést végezni.

A hiitérendszer beszerelése kozben, amennyiben legalabb egy csatlakoztatott
rész hitékozeggel van feltoltve, az aldbbi kovetelményeket kell betartani:
lakoterekben tilos oldhato kotést létrehozni az R32 hiit6kozeg csatlakozasai
kozott, kivéve a beltéri egységet kbzvetlenll a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotést. A beltéri egységet kozvetlenll a csévezetékhez kapcsold,
helyszinen elkészitett kotés lehet oldhatd tipusu.

7.2.1 A h(it6kozegecsovek csatlakoztatdsa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellenérizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A hit6kozegesovek csatlakoztatdsa az aldbbiakat tartalmazza:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

= H{t6kozegesovek szigetelése

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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7 | A csovek felszerelése

= Ne feledje az aldbbiakhot adott Utmutatokat:
- Cs6hajlitas
- Cs6végek peremezése

- Elzardszelepek hasznélata

7.2.2 Ah(it6kozegesovek Osszekotésével kapcsolatos biztonsagi elSirasok

o INFORMACIO

l Olvassa el az el6irasokat és a kdvetelményeket az alabbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonségi dvintézkedések" [» 5]

= "7.1 A h(it6kozegesovek elGkészitése" [» 33]

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= A gazszivargas elkerilése érdekében csak a perem belsejére vigyen fel hiit6kozeg-
olajat. Hasznaljon R32-h6z vald h(itégépolajat.

® NE haszndlja Ujra az idomokat.

VIGYAZAT
® NE haszndljon asvanyi olajat a peremezett részen.
* NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritot az R32
egységhez. A szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiit6kozegcsdvekkel kapcsolatos kdvetkezd korlatozasokat:

é VIGYAZAT
® Haszndlja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

= Kerdilje el a kijelolt hiit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegs) keveredését a
hitékozegkorbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzdaddasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomlb),
amelyek kifejezetten az R32 Gzembe helyezése sordn hasznélatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul dsvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

= A csoveket védeni kell az aldbbi tablazatban ismertetett modon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

* Legyen nagyon dvatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon (lasd az aldbbi
abrat).

X v
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Védelmi maddszer

Szoritsa el a csovet

Egység Felszerelés id6tartama
KUltéri egység >1 hdénap
<1 hénap

Szoritsa el vagy ragassza

Az id6tartamtol le a esovet

flggetlenul

Beltéri egység

INFORMACIO

NE nyissa ki a hlit6kozeg elzéroszelepét a hit6kozeg csoveinek ellendrzése el6tt. Ha
tovabbi hiitékozeget kell toltenie, a hlt6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hiitékozeg-elzard szelepeket.

i @

FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa el6tt a hit6kozegesoveket készre kell szerelni. Ha a
hiitékozegesovek még NINCSENEK bekotve és az elzardszelep nyitva van, akkor a
kompresszor bekapcsoldsakor levegdt sziv a rendszer. Ez rendellenes nyomast hoz
|étre a hiit6korben, és a berendezés karosodasahoz, s6t sériléshez vezethet.

A

7.2.3 Utmutaté a hitékozegesdvek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket a csdvek csatlakoztatdsakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem belsé fellletét éter- vagy
észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt szorosan meghuzna.

— \
RN
I
/

= A hollandi anydkat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell meglazitani.

= A csovek csatlakoztatdsakor a hollandi anydk meghuzdsdahoz MINDIG haszndljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villdskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargds
megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs

¢ CsGcsatlakozo
d Hollandi anya

Cséméret (mm) |Meghuzonyomaték| Perematmérdk (A) | Perem rajza (mm)
(Nm) (mm)
@6,4 15~17 8,79,1
@9,5 33~39 12,8~13,2

7.2.4 Cs6hajlitasi utmutatd

A hajlitast csShajlitoval kell végezni. A csovekben [év6 hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lennitk (a hajlitasi sugarnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).
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7.2.5 A csévég tokozasa

VIGYAZAT
® A nem tokéletes peremezés hlit6kozeg-szivargast okozhat.

*= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anydkat hasznalja. Mas hollandi anydk
hasznalata a hit6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

Vagja le a csGvéget csbvagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a Figyeljen a helyes szogre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csovet. Pontosan a kdvetkezd dbran lathaté modon helyezze

el.
YA
|
|
Peremez6 szerszam Hagyomanyos peremez6 szerszam
R32 hiit6kozeg esetén Befogos tipus Szarnyas anyas tipus
befogos tipus
( & pus) (Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Ellendrizze, hogy a peremezés jol sikerilt-e.
a — b
Cc

a Atok belsé felliletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasdnak egyenletesnek, tokéletesen kor alakdnak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

7.2.6 Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

VIGYAZAT
A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a szelepeket. Ellenkezd esetben

gazszivargas jelentkezhet.

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:
= Az elzardszelepek a gyari dllapotukban zarva vannak.

= A kovetkez§ abra a szelep kezeléséhez sziikséges elzardszelep-alkatrészeket

mutatja.
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Szervizcsatlakozo és a szervizcsatlakozo fedele
Szelepszar

Kils6 cséesatlakozas

Szelepfedél

Q. n T O

= Tartsa nyitva mindkét elzdrdszelepet az Gzemeltetés soran.
= NE alkalmazzon tulzott erdt a szelepszaron. Ezzel eltdrheti a szelep torzsét.

= MINDIG rogzitse az elzardszelepet egy villdskulccsal, és ezutan lazitsa meg vagy
hldzza meg a hollandi anyat egy nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a
szelepfedélre, mert ez a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatdéan alacsony (amikor példaul hitést végez,
ha a kilsé levegd hémérséklete alacsony), megfelel6en zarja le a hollandi anyat a
gazcsovon lévd elzardszelepen sziliciumtomitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

i

Sziliciumtomités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzarészelep nyitasa/zarasa
1 Vegye le az elzérdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gdz oldal: 6 mm) a
szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

3 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gdz oldal: 4 mm) a
szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az dramutato jarasaval ellentétes irdnyban a nyitashoz
Az bramutatd jardsdval megegyez6 iranyban a zarashoz

4 Ha az elzarészelep tovabb NEM FORGATHATO, hagyja abba a forgatdst.
5 Szerelje fel az elzaroszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep nyitva/zérva van.

A szelepfedél kezelése

= A szelepfedél a nyil ltal jelzett helyen van lezarva. NE rongélja meg.
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\

= Az elzardszelep haszndlata utan hidzza meg a szelepfedelet, és ellenérizze, hogy
nem szivarog-e a h(it6kdzeg.

CsGatmérd (mm) Meghtizé nyomaték (N-m)
6,4 22728
9,5 33~39

A szervizfedél kezelése

= A tolt6tomls végén MINDIG legyen nyomdbltydk, mert a szervizcsatlakozdnak
Schrader tipusu szelepe van.

= Az szervizcsatlakozd kezelése utdn szorosan zarja vissza a szeervizcsatlakozd
kupakjat és ellendrizze, hogy a a h(it6kdzeg nem szivarog-e.

Elem Meghtizé nyomaték (N-m)
Szervizcsatlakozo fedele 11~14

7.2.7 Ah(it6kozegesovek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

= Cs6hossz. A helyszini csovek hosszat a lehet6 legrovidebbre tervezze.
= Csovek védelme. A helyszini csdveket védje a fizikai sériilésektdl.

1 Csatlakoztassa a folyékony h(t6kozeg csatlakozdsat a beltéri egységhdl a
kiltéri egység folyadékelzard szelepéhez.

|6
=

cb

a Folyadékelzard szelep
b Gazelzardszelep
¢ Szervizcsatlakozd

2 Csatlakoztassa a gaz hiit6kozeg csatlakozdsat a beltéri egységbdl a kiltéri
egység gazelzard szelepéhez.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kultéri egység kozott a hiitékozegesdveket kabelcsatorndba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

7.3 A h(tékozegcsovek ellenbrzése

7.3.1 Ah(it6kozegcsovek ellenérzése

A kiltéri egység belsé hitkozegcsovein gyari tomitettségvizsgalatot hajtottak
végre. Csak a kultéri egység kiilsé h(it6kozegesoveit kell ellendrizni.

A hiit6kozegcsévek ellenérzése el6tt

Ellenérizze, hogy a hiit6kozegesé csatlakozik-e a kiltéri és a beltéri egységhez.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) P DAIKIN
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Jellemz6 munkafolyamat

A hit6kozegess ellendrzése jellemzéen a kbvetkez§ szakaszokbol all:

1 Tomitettségvizsgalat a h(it6kozegesdvekben.

2 Vakuumszdritds elvégzése a nedvesség, a leveg6é vagy a nitrogén
eltavolitdsahoz a h{t6kozegesovekbdl.

Ha a h(it6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példdul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljarassal el kell tavolitani minden nedvességet.

7.3.2 AhUt6kozegesovek ellen6rzésévek kapcsolatos biztonsagi el6irasok

° INFORMACIO

l Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonsagi vintézkedések" [» 5]

= "7.1 A hlit6kozegcsovek eldkészitése" [» 33]

MEGJEGYZES

A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyl visszacsapé szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr abszollt) nyomasra tudjon légteleniteni. Ellenérizze, hogy a szivattyubodl az
olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu ledllasa alatt.

MEGJEGYZES

Ezt a vakuumszivattyut kizarélag az R32 h(t6kozeghez haszndlja. Ha ugyanazt a
szivattyut hasznalja a kilonb6z6 hitékozegekhez, az kdrosithatja a szivattyut és az
egységet.

MEGJEGYZES

© © ©

= Csatlakoztassa a vakuumszivattyut a gazelzarészelep szervizcsatlakozéjahoz.

= A szivargasteszt vagy a vakuumszivattyUs szaritas eltt gy6zédjon meg arrdl, hogy
a gazelzardszelep és a folyadék-elzardszelep is megfelelGen zarva van.

7.3.3 Aszivargas ellen6rzése

MEGJEGYZES

NE lépje at az egység maximalis miikodési nyomdsat (lasd: “PS High” az egység
adattdblajan).

©

MEGJEGYZES

MINDIG a fogalmazotdl szarmazd, ajanlott buboréktesztes oldatot hasznaljon.

©

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz az alkatrészek repedését okozhatja, példaul a hollandi anydkét
vagy a zaroszelep-fedelekét.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely elnyeli a nedvességet, és megfagy, ha a
cs6 lehdl.

= A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely a hollandi anyds kotések korrézidjat
okozhatja (a réz hollandi anya és a réz hollandi kozott).

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legaldbb 200 kPa (2 bar) tulnyomasig.
Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ald helyezni az apré szivargasok kimutatasa
érdekében.

Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozdson buboréktesztes
oldatot hasznal.

Flavassa ki az 6sszes nitrogéngdzt.

7.3.4 VakuumszivattyUs szaritas végrehajtasa

) VESZELY: ROBBANASVESZELY

N2 . . o
[ = NE inditsa el az egységet, amig vakuum alatt van.

A vadkuumszivattyut és a gy(jt6csovet a kovetkez6képpen csatlakoztassa
egymashoz:

:_| | 0 o
-
g— = =
J

Kisnyomasu nyomdasmérd
Nyomasmérd cséeldgazoja
Nagynyomasu nyomasmérd
Kisnyomasu szelep (Lo)
Nagynyomasu szelep (Hi)
Tolt6csovek
Vakuumszivattyu
Szelepkupakok
Szervizcsatlakozo
Gazelzardszelep
Folyadékelzaro szelep

At = T = ® Q0 T Q

Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gy(jt6csén a nyomas —0,1 MPa-t (-
1 bar) nem jelol.

Hagyja igy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:

Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a rendszerben. Az

eljaras kész.

Novekszik Nedvesség van a rendszerben. Lépjen
a kovetkezd lépésre.

A rendszert legaldabb 2 6rdig szivattylzza, hogy a gyUjt6csé nyomasa —0,1 MPa
(—1 bar) legyen.

A szivattyl KIKAPCSOLASA utdn ellenérizze a nyomdst legaldbb 1 éran
keresztll.

Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDIJA fenntartani a vakuumot 1 6ran
keresztil, tegye a kdvetkezéket:
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» Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
* Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyUs szaritast.

MEGJEGYZES
A csbszerelés és a vakuumszaritds elvégzése utan ne feledje kinyitni az

elzaroszelepeket. Ha a rendszert elzart szelepekkel miikodtetik, akkor meghibasodhat
a kompresszor.

INFORMACIO

Az elzdrészelep megnyitasa utdn el6fordulhat, hogy a h(it6kozegesdvekben NEM
emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példaul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart allapota, de ez NEM gatolja az egység megfeleld miikodését.

i @
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8 Hlt8kozeg feltodltése

Ebben a fejezetben

8.1
8.2
83
8.4
8.5
8.6
8.7

HULEKOZEG FRITOIESE ...ttt ettt ettt sttt sttt es e eaens 43
A hUtEKOZEGIO.....oviiiccc 44
A hiit6kozeg feltoltésével kapcsolatos DiztoNSAH €IGITASOK. .......c.iiviuiriiiieeieeeee e 45
A tovabbi h(it6kozeg mennyisegenek MEGNATAIOZASA .........oueviiieiiieiieiii ettt 45
A teljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség meghatérozasa . 45
A NUEEKOZEZULANTOIESE ...ttt ettt ettt sttt es ettt s et ettt e st ettt e e ea e st et neneas 45
A fluorozott Giveghdzhatasu gazokra figyelmeztets cimke rOgzitese ..........ooiuiviciiiiiiiiiiice 46

8.1 HU{tbkozeg feltoltése

A klltéri egység gyarilag fel lett toltve h(tbkdzeggel, de egyes esetekben az
aldbbiak elvégzésére lehet szikség:

Mit Mikor
H{t6kozeg-utantoltés Ha a folyadékcsovek teljes hossza
meghaladja a megadott értéket (lasd
alabb).
Teljes h(it6kozeg-feltoltés Példa:

= A rendszer athelyezésekor.

= Szivargds utan.

H(itokozeg-utantoltés

A hit6kozeg utantoltése elStt ellendrizze a kultéri egység kiilsé hlit6kozegesovét
(tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).

. INFORMACIO
l Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési korulményektdl fuggben sziikség lehet az

elektromos huzalok bekotésére a h(it6kozeg betoltése el6tt.

Tipikus munkamenet — A h(t6kdzeg-utantoltés jellemzéen a kovetkezd
szakaszokbol all:

1
2
3

Annak meghatarozasa, hogy mennyi utantoltés szlikséges.
SzUkség esetén a h(itékozeg utantoltése.

Az (veghazhatast okozd gdzokra vonatkozdé cimke kitdltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

Teljes hiit6kozeg-feltoltés

A hiit6kozeg teljes feltoltése eldtt végezze el a kdvetkezbket:

1
2

Nyerjen vissza minden hiit6kdzeget a rendszerbdl.

A kiltéri egység kiils6 hiit6kozegesovét (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas)
ellendrizte.

A kiltéri egység belsé hiit6kozegesovén elvégezték a vakuumszaritast.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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®

MEGJEGYZES

A teljes Ujratoltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyls szaritast a kiltéri egység
belsé hiit6kozegesovein is.

Tipikus munkamenet — A teljes h(t6kozeg-feltdltés jellemz&en a kovetkezd
szakaszokbol all:

1 Annak meghatdrozdsa, hogy mennyi hlit6kozeg betoltése sziikséges.

2 H(it6kozeg feltoltése.

3 Az Uveghdazhatdast okozd gdzokra vonatkozd cimke kitoltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

8.2 A h(t6kozegrdl

Ez a készilék fluortartalmu, Gveghdzhatast okozd gazokat tartalmaz. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globadlis felmelegedési potencial (GWP): 675

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mUkaodik allandé gyujtdforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(itokozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyartd
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

> B PP

FIGYELEM

Az egységben haszndlt hiit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes, de altaldban NEM
szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hltékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy flitGszallal érintkezik, az tlzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flit6készlléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiit6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel§ meg nem javitotta.

>

FIGYELEM

Az esetleg szivargd h(it6kozeg SOHA ne érjen a bérhoz. Ellenkezé esetben sulyos
fagyasi sérilés keletkezhet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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8.3 A h(t6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elbirasok

INFORMACIO

Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

i @

= "2 Altaldnos biztonségi vintézkedések" [ 5]

= "7.1 A hlt6kozegesovek el6készitése" [» 33]

8.4 A tovabbi h(it6kozeg mennyiségének meghatarozasa

Ha az 6sszes folyadékcs6 Akkor...
hossza...
<10m NE adjon hozza tovabbi hlt6kozeget.
>10 m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m) — 10 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg) (0,01 kg-os egységekre
kerekitve)

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsovek egyirdnyu hossza.

i @

8.5 Ateljes Ujratdltéshez sziikséges mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

Amennyiben teljes feltoltés sziikséges, a hiit6kozeg teljes mennyisége a kovetkezé: a
gyari hlit6kozeg-mennyiség (lasd az egység adattdblajat) + a meghatdrozott tovabbi
mennyiség.

i @

8.6 A h(it6kozeg-utantoltése

é FIGYELEM
= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet

okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hUitékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(t és véddszemiveget.

VIGYAZAT
A kompresszor meghibasodasanak elkerllése érdekében NE toltson a megadott

mennyiségnél tobb hitékozeget.

El6feltétel: A hit6kozeg betdltése el6tt ellendrizze, hogy a h(it6kdzegesd
csatlakozik, és elvégezte az ellenGrizést (tomitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hlt6kozeghengert a szervizcsatlakozéhoz.

2 Toltse be a tovabbi hiitékdzeg-mennyiséget.
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3 Nyissa ki a gazelzardszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy dathelyezése miatt szivattyuzas
szUkséges, tovabbi informaciokért lasd: "16.2 Leszivattyuzas" [» 63].

8.7 Afluorozott Uveghazhatasu gazokra figyelmeztetd cimke rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains i gases a
ROX) o-[Jo——b

GWP: XXX

s
s
"’”1502*9 = tCOeq—e

a Ha afluortartalmd, Gveghdzhatast okozo gazokra vonatkozo tobbnyelv(i cimkét is
mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel6 nyelvl cimkét,
és ragassza az a folé.

Ellendrizze a hiit6kozeg-toltetet: l1asd az egység adattablajat

HUt6kozeg-utantoltési mennyiség

Teljes h(it6kozeg-mennyiség

A teljes hiit6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna
CO,-ban kifejezve.

GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiit6kozeget tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

oD n T

-+

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betdltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A h(t6kodzeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és folyadékelzard szelepek
kozelében.
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9 Elektromos felszerelés

Ebben a fejezetben

9.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsdnak DEMULATASA ........cvivciiiiiiiiii e 47
9.1.1 Ovintézkedések az elektromos huzalozas csatlakoztatésakor .. 47
9.1.2 Irdnyelvek az elektromos huzalozds csatlakoztatasanoz........ocvivivieiieiiiiicece s 49
9.1.3 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevEk mUiszaki JEIIEMZBI.........c.ooiveiiiiiiiieei e 50
9.2 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa @ KUItEri @8YSEBNEZ ..c.v.iiiiiioiiceccc e 50

9.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasanak bemutatasa

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa jellemzéen a kdvetkezé lépésekbdl all:

1 Annak ellen6rzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos
el6irdsainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.
4 Tapellatas csatlakoztatdsa.

9.1.1 Ovintézkedések az elektromos huzalozas csatlakoztatasakor
o INFORMACIO

l Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések" [» 5] fejezetben.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

MINDIG tobb eres kabelt hasznaljon a tapellatas kabeleihez.

* INFORMACIO

l Lasd még: "9.1.3 A szabvéanyos huzalozasi 6sszetev6k mdszaki jellemzéi" [» 50].

FIGYELEM
= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

a vonatkozo jogszabalyoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie a vonatkozo jogszabalyoknak.
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FIGYELEM
® Ha a tapellatasban hidnyzo vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a

berendezés nem fog mikodni.

Alakitson ki megfelel§ foldelést. NE foldelje az egységet gdazcsdvekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles feluletekkel vagy a csdvekkel, kiléndsen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mulanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket, sodort
vezetékeket, hosszabbitokabelt ~ vagy csillag  rendszerbdl  szarmazod
csatlakozdsokat. Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tlizet okozhatnak.

NE szereljen be fazissietteté kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

Hasznaljon minden podlust megszakitd kapcsolot, és hagyjon legaldbb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit Ill-as kategdriaju
tulfeszlltség esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartdra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramitést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM
® NE hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken beldl.

* NE vélassza le az elvezet@szivattyl stb. tapelldtasat a csatlakozoblokkrol. Ez
aramitést vagy tizet okozhat.

FIGYELEM

Az Gsszekotbkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrésodhatnak.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az 6sszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is beleértve) a tapellatasrol kapja a
fesziltséget. Csupasz kézzel NE érintse meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapelldtast, vdarjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a feszlltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A kivezetések pontos
helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

> BB BB B P

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
8 R32 split rendszer( klimaberendezések
4 4P519439-12M - 2021.02



9 | Elektromos felszerelés

=5y I'Z;%éu

T %DDHO

|OF ot o

DC- :DET:D I]%‘,o .
h

o —a

-]

Multiméter (DC fesziltségtartomany)

S80 — irdnyvalté szolenoidszelep huzalkivezetés
S70 — ventildtormotor huzalkivezetés

LED

S90 — termisztor huzalkivezetés

S20 — elektronikus szabalyozdszelep huzalkivezetés
S40 — hévédelmi relé huzalkivezetés

DB1 — di¢dahid

O -~n® Q0 T O

9.1.2 Irdnyelvek az elektromos huzalozas csatlakoztatasahoz

Tartsa szem el6tt az aldbbiakat:

= Ha sodort vezetéket hasznal, szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték
végére. Helyezze fel a kerek csatlakozdsarukat a vezeték fedett részére, és
erdsitse fel a csatlakozét a megfeleld eszkdzzel.

S

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozd

= Avezetékek felszereléséhez haszndlja a kovetkez6 mddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés modja
Egyeres vezeték cb
L
@ =
—a a
a Egyeres hulldmos vezeték
b Csavar
¢ Lapos alatét
cb a bc

Sodort vezeték kerek
csatlakozdsaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v Engedélyezett

X NEM engedélyezett
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Meghtzasi nyomatékok

Elem Meghuzényomaték (Nm)
M4 (X1M) 1,571,6
M4 (foldelés) 1,4~1,5

= A feszllségcsokkentd és a csatlakozd kozott a foldel6vezetéknek hosszabbnak
kell lenni a tobbi vezetéknél.

1-3

S

9.1.3 A szabvanyos huzalozasi 6sszetev6k mdszaki jellemz&i

Alkatrész 20. osztaly 25+35 osztaly
Tapkabel Feszlltség 220~240V
Fazis 1~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméretek 3 eres kabel
2,5 mm2~4,0 mm?
HOSRN-F (60245 IEC 57)

OsszekotSkabel (beltéri<>kiltéri) 4 eres kabel

1,5 mm>~2,5 mm? 220~240 V
feszlltséghez

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Javasolt dramkori megszakito 10 A 13 A
Maradékarammal m(ikodé eszkoz A méretezésnek meg KELL

felelnie a helyi elGirdsoknak

9.2 Elektromos huzalok csatlakoztatasa a kiltéri egységhez

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "6.2.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 29].

2 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).

a Ennyire kell lecsupaszitani a vezetékek végeit
b A tul hosszan blankolt vezetékvég aramutést vagy zarlatot okozhat

3 Nyissa ki a vezetékfogot.

4 AkovetkezSk szerint csatlakoztassa az 6sszekotékabelt és a tapfesziltséget:

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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[CEINE
3Q00
V17

Osszekstékabel
Tapkabel

Aramkéri megszakitd
Maradékarammal mikodé eszkoz
Tapfesziltség
Fold

-0 Q. n T QO

N\

75784

I

OIS X «?

N\

5 A csatlakozén a csavarokat huzza meg jol. Csillagcsavarhizd hasznélata

javasolt.

6 Szerelje fel a szervizfedelet.
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10 A kulteri egység felszerelésének befejezése

10.1 A kultéri egység felszerelésének befejezése

/N

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
* Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfelelen foldelve legyen.
= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az dramellatas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a kapcsolddoboz fedelét.

®

MEGJEGYZES

Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kabelcsatorndba
szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

1 Szigetelje és rogzitse a h(it6kdzegesdveket és a kabeleket a kbvetkez6k szerint:

Gazcs6

a
b Gazcsé szigetelés

¢ Osszekotékabel

d Helyszini huzalozasi irdnyelvek (ha megfeleld)
e Folyadékcs6

f Folyadékesé szigetelés

g FedGszalag

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

10.2 A kUltéri egység lezarasa

®

MEGJEGYZES

A kiltéri egység fedelének lezérdsakor lgyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE
|épje tul a 1,3 Nem értéket.

SzerelGi referencia-Utmutato
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11 Konfiguracio

11.1 Uzemi beallitas

Ezt a funkcidot hasznalja alacsony kiltéri hémérsékleten végzett hiitésnél. Ez a
funkcié csak ipari helyiségekhez, példaul szerverszobdkhoz lett tervezve. SOHA ne
hasznalja lakdsban vagy irodaban, ahol emberek vannak.

Alkalmazhatd: RXM-R, ARXM-R, RXJ-M, RXA-A.

11.1.1 Alétesitmény lzemmad beallitasa

A J6 jumper atvagdsa az aramkori kartyan kiterjeszti a berendezés mukddési
tartomanyat —15°C-ig. Az Gzemi mUkodés ledll, ha a kultéri h6mérséklet —20°C ala
esik, és csak akkor indul Ujra, ha a h6mérséklet emelkedni kezd.
A J6 jumper atvagasa

Tavolitsa el a fels§ lemezt a kiltéri egységrél.

Vegye le az elllsé lemezt.

1
2
3 Vegye le a cseppalld fedelet.
4

J12J8 J7J5J9 J4 U6

Eltls6 lemez
Fels6 lemez
Cseppallo fedél
Jumperek

S n T O

INFORMACIO

= A beltéri egység idénként zajt adhat ki, aminek az a forrdsa, hogy a kultéri
ventilator BE- és KIKAPCSOL.

i @

® NE helyezzen parasitot vagy mas, mas olyan targyat a helyiségbe, amely novelheti
a paratartalmat, ha tizemi tizemmadot készil hasznalni.

= AJ6 jumper atvagasa a beltéri ventilatort a legmagasabb sebességre allitja.

* NE haszndlja ezt a beallitast lakohelyiségekben vagy irodakban, ahol emberek
tartézkodnak.

11.2 Készenléti energiatakarékos funkcid

11.2.1 Akészenléti energiatakarékos funkcio ismertetése

Ez az Gzemmod KIKAPCSOLJA a kultéri egység dramellatdsat, és a beltéri egységet
készenléti energiatakarékos Uzemmdoddba dllitja, igy csokken az egység
aramfogyasztasa.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Ez a modd csak az aldbbi kiltéri egységekhez hasznalhatd: ARXM25+35R,
RXM20~35R valamint az aldbbi beltéri egységekhez: FTXM, ATXM, FVXM.

INFORMACIO

[ ]
l A készenléti energiatakarékos funkcié CSAK a fenti modellekhez hasznalhato.

FIGYELEM
A csatlakozd levalasztdasa vagy csatlakoztatasa el6tt gy6z6djon meg rola, hogy a

tapellatas fékapcsoldja ki van kapcsolva.

INFORMACIO

Ha nem megfelel6 beltéri egység van csatlakoztatva, akkor szikség van a készenléti
energiatakarékossag szelektiv csatlakozojara.

i @

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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12 Belzemelés

MEGJEGYZES
Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési

utasitdsok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepld utasitasok
kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatd a
belizemelés és a felhasznaldnak vald dtadas soran.

Ebben a fejezetben

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Biztonsagi elGirasok @ DEUZEMEIESKON .......ciiiiiiii ettt ettt ettt 55
Belizemelés el6tti ellendrzélista ........

Belizemelés kozbeni ellenérzélista
PrODAUZEM VEGIENAJTASA .. oottt ettt ettt ettt ettt

A KUIEEIT EGYSEE DEINAIMASA ...ttt ettt h ettt ettt ettt et b e sttt s e neneas

12.1 Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT
A beltéri egységeken valé6 munka kozben NEM szabad probaiizemeltetést végezni.

A probatizem alatt NEM csak a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek is
mikodnek. A probalzemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéd6t NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sériilést okozhat.

© B> BPBPP

MEGJEGYZES

A kompresszor védelme érdekében a rendszert az Uzemeltetés elétt 6 oraval
tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités aramot kapjon.

A probalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.
Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység elbkészitése (kiuls6 csovek, elektromos
bekotések elvégzése, |égtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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12.2 Belzemelés el6tti ellenbrz6lista

Az egység lUzembe helyezése utan el@szor ellendrizze az aldbb felsoroltakat. Az
ellendrzések elvégzése utan az egységet le kell zarni. Lezards utan kapcsolja be az
egységet.

(] A beltéri egység megfelel§en fel van szerelve.
A kiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

(] A rendszer megfelelGen féldelt, és a foldelési kivezetések rogzitve vannak.

(] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositdsi cimkéjén talalhato feszultségnek megfeleld.

(] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

(] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek a kiltéri és beltéri egységben.

(] NINCS hiit6kozeg-szivargas.

(] A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hészigetelve vannak.

(] A megfelel§ cs6méret lett beszerelve, és a csovek megfelel6en szigetelve vannak.

(] Az elzardszelepek (gdz és folyadék) a kiltéri egységen teljesen nyitva vannak.

(] A kovetkezé helyszini huzalozas a jelen dokumentumnak és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelGen lett végrehajtva a kiltéri és a beltéri egység kozott.

(] Vizelvezetés
Ugyeljen ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz elfolyésa.
Lehetséges kdvetkezmény: A kondenzviz csopoghet.

(] A beltéri egység jelet kap a felhasznaloi kezel6feliiletrdl.

(] Az egységek kozotti huzalozashoz 6sszekotékabelt hasznalt.

(] A biztositékok, aramkori megszakitok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készulékek a jelen
dokumentumnak megfelel6en lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

12.3 Belzemelés kozbeni ellenérzélista

(] Légtelenités végrehajtasa.

(] Prébaiizem végrehajtasa.

12.4 Prdbalizem végrehajtasa

El6feltétel: A tapelldtasnak a megadott tartomanyba KELL esni.
El6feltétel: A probalizem elvégezhetd h(ités vagy flités Gzemmadban.

El6feltétel: A prébalizemet a beltéri egység szerelési kézikonyvének megfelelGen
végezze el annak biztositasdhoz, hogy az 0Osszes funkcid és rész megfelelGen
makodjon.

1 Hdtés Gzemmoddban vdlassza ki a legalacsonyabb  programozhaté

hémérsékletet. Flités Gzemmaodban valassza ki a legmagasabb programozhaté
hémérsékletet. Sziikség esetén a prébalzem kikapcsolhaté.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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2 A prébalzem befejezése utan dllitsa a hémérsékletet normal szintre. H{tés
maodban: 26~28°C, flités mdédban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utén a rendszer miikodése 3 perc mulva ledll.

INFORMACIO

® Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is aramot vesz fel.

i

* Ha dramsziinet utan visszaall az dramelldtas, az el6zdleg kivalasztott Gzemmaod
folytatodik.

12.5 Akultéri egység beinditasa

See the indoor unit installation manual for configuration and commissioning of the
system.
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13 Atadas a felhasznalénak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ miikodése esetén gybz6djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

Gy6z8djon meg rdla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentacidval, és kérje meg, hogy Grizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban emlitett URL-cimen.

Magyardzza el a felhaszndldnak, hogyan lehet megfelel6en Gzemeltetni a
rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merdl fel.

Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartdsaval
kapcsolatban.

Magyarazza el a felhaszndlénak az Uzemeltetési kézikonyvben leirt
energiatakarékossagi tippeket.

SzerelGi referencia-Utmutato
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14 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartast legaldbb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkoz6 szabalyozdsok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmt, Uveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabdlyok szerint az

egységbe toltott hiit6kozeget tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,-egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

14.1 Attekintés: karbantartds és szerelés

A fejezet az aldbbiakrdl ad tajékoztatast:
= Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra vonatkozdan

= A kultéri egység éves karbantartdsa

14.2 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

ESZELY: ARAMUTES VESZELYE

i E VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A Jel panel védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

FIGYELEM

® Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat elkezdi, MINDIG ellenérizze, hogy
az aramforraspanelen a haldzati megszakitd le van-e kapcsolva, tévolitsa el a
biztositékokat, vagy kapcsolja vissza az egység védEberendezéseit.

= Az elektromos alkatrészekhez az aramtalanitds utdan még 10 percig NE érjen
hozzda, mert azok nagyfesziltséget adhatnak le.

= Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei felforrésodhatnak.

= Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezetd részeket.

= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosnil Ez dramitést vagy tlizet okozhat.
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14.3 A killtéri egység éves karbantartasanak ellendrzélistaja

A kovetkez6ket legaldabb évente ellendrizni kell:
= Hcseréld

A kiltéri egység hdécseréldje eldugulhat a por, szennyezédés, levelek stb. miatt.
Ajanlott a hécserélé évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomdshoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

14.4 A kompresszorrol

A kompresszor szervizelésekor tartsa szem el6tt az aldbbi dvintézkedéseket:

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Ezt a kompresszort csak foldelt rendszerben szabad hasznalni.
= A kompresszor szervizelése el6tt kapcsolja ki az dramellatast.

= Szervizelés utan szerelje vissza a kapcsolddoboz fedelét és szervizfedelet.

VIGYAZAT

Mindig viseljen véddékeszty(it és védEszemveget.

> P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

= A kompresszor eltavolitdsdhoz hasznaljon csévagot.

,’P\?

* NE hasznaljon keményforrasztoé pisztolyt.

= Csak jovahagyott hiit6kozegeket és kenGanyagokat hasznaljon.

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.
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15 Hibaelharitas

15.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

Az észlelt jelenségek alapjan informdcidkat ad a problémak megoldasahoz.

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult

csatlakozasokat vagy sériilt kabeleket.

15.2 Biztonsagi el8irasok hibaelharitas esetén

megszakitot.

FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgalna a berendezés kapcsolédobozat, MINDIG ellendrizze, hogy a

berendezés le van-e valasztva az aramellatasrél. Kapcsolja ki a megfelel6

® Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalddott a biztonsagi eszkoz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad kiiktatni vagy a gyari beadllitastél eltérd értékre
modositani. Ha nem talalja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazoval.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

> B

A hémegszakitd véletlen visszaallitdsa miatti balesetek elkerilése érdekében a
berendezést TILOS kuls6 kapcsoldeszkozzel ellatni, példaul idézitével, vagy olyan
aramkorhoz csatlakoztatni, amelyet a kozmU rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

15.3 Problémak megoldasa tinetek alapjan

15.3.1 Jelenség: Az egység NEM f(it vagy h(it kielégitGen

Lehetséges okok

Teendd

Elektromos huzalozas hibas bekotése

Megfelel6en kosse be az elektromos
huzalokat.

Gazszivargas

Ellendrizze a gazszivargast.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) PDAIKIN
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15.4 Hibadiagnosztika a kultéri egység PCB paneljén talalhato LED
hasznalataval

A LED... Diagnosztika
{K villog Normal.
= Ellendrizze a beltéri egységet.

Lt BE = Kapcsolja KI, majd kapcsolja BE az dramellatast, és
ellenérizze a LED égét 3 percen belll.
Ha a LED Ujra BEKAPCSOL, a kiltéri egységen hibas a
PCB panel.

o Kl Tapfesziltség (energiatakarékos).

A tapelldtds kimaradasa.

Kapcsolja KI, majd kapcsolja BE az dramellatast, és
ellenérizze a LED ég6t 3 percen belll
Ha a LED Ujra KIKAPCSOL, a kultéri egységen hibas
a PCB panel.

/N

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

" Ha

az egység nem Uzemel, a PCB panelen a LED-ek kikapcsolnak
energiatakarékossagi céllal.

= A csatlakozoblokk és a PCB akkor is dram alatt lehet, ha a LED-ek nem vilagitanak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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16 Hulladékkezelés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a készilék szétszerelését, a

hlt6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6en KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

16.1 Attekintés: Hulladékba helyezés

Je

A
1
2

llemz6 munkafolyamat

rendszer hulladékba helyezése jellemz&en a kovetkezd szakaszokbdl all:
Rendszer leszivattyuzasa.
A rendszer elszallitasa erre szakosodott Gzembe.

INFORMACIO

i

Tovabbi informaciokat a karbantartasi kézikonyvben talalhat.

16.2 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd leszivattylzas
Uzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja az egységet.

!, VESZELY: ROBBANASVESZELY
‘\‘na/; Leszivattyuzas — Hlit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a

hltékozeg szivarog a hiitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbdl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A miikodé kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbandsr okoz.

* Haszndljon kilon begyjté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

MEGJEGYZES
Miel6tt eltavolitand a hiit6kozegesoveket a leszivattylzds tzemmaod soran, éllitsa le a

kompresszort. Ha a kompresszor mukodik, és az elzdrészelep nyitva van a
leszivattylzas soran, levegé kerilhet a rendszerbe. A hitékozegkorben fellépé
rendellenes nyomds a kompresszor meghibasoddsahoz vagy a rendszer
karosodasadhoz vezethet.

A leszivattyUzas Gzemmadd kivonja az 6sszes h(it6kozeget a rendszerbdl, és a kiltéri

egységbe juttatja.
1 Tavolitsa el a szelepsapkat a folyadékelzard szeleprél és a gazelzard szeleprdl.
2 Inditsa el a kényszerh(tést. Lasd "16.3 A kényszeritett hités inditdsa és
ledllitdsa" [» 64].
3 5-10 perc utdn (alacsony h6mérséklet esetén (<-10°C) elegendé 1-2 perc is)

zarja el a folyadékelzard szelepet egy imbuszkulccsal.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
R32 split rendszer( klimaberendezések
4P519439-12M - 2021.02

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
63



16 | Hulladékkezelés

4 Avakuum elérését kovetben ellendrizze a gyUjtéesovet.

5 2-3 percelteltével zarja el a gazelzard szelepet, és allitsa le a kényszerh(itést.

L.

G O—a
o

Gazelzardszelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepkupak
Folyadékelzard szelep

e

d

D QO n T O

16.3 A kényszeritett h(ités inditasa és leallitasa

A kényszerh(tés 2 mddon hajthatod végre.

= 1. modszer. A beltéri egység ON/OFF kapcsoldval (ha megtaldlhatd a beltéri
egységen).

= 2. modszer. A beltéri egység kezelSfellletével.

16.3.1 Akényszerh(ités inditdsa és ledllitasa a beltéri egység BE/KI kapcsoldjaval

1 Tartsa lenyomva a ON/OFF gombot legaldbb 5 masodpercig.
Eredmény: A m(kddés elindul.

INFORMACIO

A kényszerh(tés kordlbelll 15 perc mulva automatikusan leall.

i

2 Az Gzemmod korabbi ledllitasdhoz nyomja meg a ON/OFF gombot.

16.3.2 Akényszerh(ités inditdsa és ledllitasa a beltéri egység kezel6fellletével

1 Vdlassza ki a hiités Gzemmoddot. Lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési
kézikdnyv "Probalizem elvégzése" részében.
Megjegyzés: A kényszerh(ités korilbelll 30 perc mulva automatikusan le fog
allni.

2 Az Gzemmo&d kordbbi ledllitdsdhoz nyomja meg a ON/OFF gombot.

INFORMACIO

Ha a kényszerh(tést haszndl, és a kiltéri hémérséklet <-10°C, a biztonsagi
berendezés leallithatja a miikodést. Melegitse fel a kiiltéri h6mérséklet termisztorat a
kiltéri egységen >-10°C-ra. Eredmény: A miikodés elindul.

i

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9)
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17 Szoszedet

Kereskedd
A termék forgalmazdja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez sziikséges képzettséggel igazoltan rendelkezé
mdszaki szakember.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Gzemeltetd személy.

Vonatkozo jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozé nemzetkozi,
eurdpai, orszagos és helyi irdnyelv, torvény, szabdlyozas és/vagy szabdlyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett véllalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja szervezni a
termék szlkséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja a felszerelés, a beallitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikényv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja az Gzemeltetés maédjat.

Karbantartasi utasitasok
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja a termék vagy készulék felszerelésének, beallitasanak,
Uzemeltetésének és/vagy karbantartdsanak maodjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd lapok és
berendezések, amelyeket a szintén mellékelt dokumentacio dtmutatasai
szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jovahagyott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdcidban leirt médon mdikddtetheték egyltt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin dltal gyartott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdcidban leirt médon mikddtetheték egyltt a termékkel.

RXJ-M(9)_RXA-A(9)_RXM-R(9)_ARXM-R(9) |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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