P DAIKIN

RXA20A5V1B9
RXA25A5V1B9
RXA35A5V1B9
RXM20R5V1B9
RXM25R5V1B9
RXM35R5V1B9
ARXM25R5V1B9
ARXM35R5V1B9

Asentajan viiteopas

R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet




Sisallysluettelo

Sisallysluettelo

1 Tietoja asiakirjasta 4
1.1 TIET0@ TASTA @STAKITTASTA +.v vttt ettt h et ettt ettt ettt 4

2 VYleiset varotoimet

2.1 Tietoja asiakirjasta

2.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys..

2.2 Asentajalle
221 YIBISTA .t bbb bbb 6
222 ASENNUSPAIKKE ..o 7
223 Kylmaaine — jos kaytossa on R410A tai R32. 10
224 Keruuliuos 12
2.2.5 12
2.2.6 13
2.2.7 14
2.2.8 K@ASUNPOISTO -ttt et bt et h sttt b et bttt 15
2.2.9 PaikalliNeN TAINSEAAENTO ...cvever ittt 15
3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet 16
4 Tietoja pakkauksesta 22
4.1 Ulkoyksikko. 22
4.1.1 Ulkoyksikon purkaminen pakkauksesta . v 22
4.1.2 UIKOYKSTKON KASTEEEIY ..ttt enn 22
413 Tarvikkeiden poistaminen UIKOYKSIKOSTE .......ccoiiiiiiiiiiiiiit s 23
5 Tietoja yksikosta 24
5.1 Yleiskuvaus: Tietoja yKSikOista ja ISEVArUSTRISTA ...c.cuiuiiiiiiieiceic et 24
52 Tunnistaminen 24
5.2.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko 24
6 Yksikon asennus 25
6.1 ASENNUSPAIKAN VAIMISTEIU ...ttt ettt ettt ettt ettt se et eeeneas 25
6.1.1 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimuUKSEL............coiiiuiiiiiii s 26
6.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan lisavaatimukset kylmassa ilmastossa........ccveiiieirenieeiieeeee e 28
6.2 YksikON @avaaminen Ja SUIKEMINEN ....c.oiiiiiieiiieiieiete ettt ettt ea ettt ettt et ese s 29
6.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta 29
6.2.2 Ulkoyksikon avaaminen 29
6.2.3 UIKOYKSTKON SUIKEMINEN ..t e 29
6.3 UTKOYKSIKON KIMINTEYS ..tttk etttk ettt sttt b st e sttt es et e e en e eneeeens 30
6.3.1 Tietoja ulkoykSIKON KINNIEYKSESTA .......vviciiiieiii s 30
6.3.2 Varotoimet kun ulkoyksikkoa kiinnitetaan 30
6.3.3 Asennusrakenteen valmistelu 30
6.3.4 UIKOYKSTKON @SENTAMINEN. ...ttt 31
6.3.5 TYJENNYKSEN VAIMISTEIU L..cvtitiiiite e 31
6.3.6 UlkoyksikOn KaatumiSEn @STEMINEN .......c.ciiiiiiii ettt 32
7 Putkiston asennus 33
7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu 33
7.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset. 33
7.1.2 Jaahdytysputkiston eristys 33
7.13 Kylmaaineputkiston pituus ja KOrKEUSEIOT ........cviiiiiiiiiiiecc e 34
7.2 KyIMEaiN@PULKISTON TEEEMINEN ...ttt etttk enn 34
7.2.1 Tietoja kylmaaineputkiston HTEEMISESTE .....c.iiiiiiiieiiccie e 34
7.2.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa. 35
7.2.3 Kylmaaineputkiston liittdmisohjeita 36
7.2.4 PULKEN TAIVUTUSONJEET ...vcetce ettt ettt enes 36
7.2.5 PULKEN PAAN TAIPOTTUS -ttt ettt ettt ettt ettt een 37
7.2.6 Sulkuventtiilin ja huoItoportin KAYELEMINEN ....iiiiiiiii e 37
7.2.7 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkoon .. 39
7.3 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen 39
731 Tietoja kylmadaineputkiston liitdntdjen tarkiStamiSesta. ... i 39
7.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistamisessa NUOMIOIAVAA........ccoiriiiieiiiec e 40
733 VUOLOJEN TArKISTAMINEN ...t 40
734 AlipainekuivauKSEN SUOTTTEAMINEN .. c.iiiiiiiiiieti ettt enen 41
8 Kylmaaineen taytté 43
8.1 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta ... 43
Asentajan viiteopas |4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
2 R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet

4P519439-12W - 2022.11



Sisallysluettelo

8.2 TIET0JA KYIME@INEESTA ...ttt ettt ettt ekttt et eh st h ettt s et ettt et et s e e s st ne e 44

8.3 Kylmdaineputkiston lisddmisessd NUOMIOITAVAA .......c.cuviiiiiiiiiiciiie e 45

8.4 Lisattavan kylmaaineen maaran MEarittaMINEN ... .ottt 45

85 Tayden tayttOMEErEN MEGMTEEMINEN ..ottt s ettt s ettt s et anens 45

8.6 Kylmaaineen lisddminen 45

8.7 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen .. 46

9 Sadhkoéasennus 47
9.1 Tietoja sahKOJONTOJEN HTEAMISESTE ...o.viviieiiieiit etttk ettt 47
9.1.1 Varotoimet sGhKGJohtoja KYTKETEEESSE ... .oviviiriiiiiccece e 47

9.1.2 Ohjeet sahkOjohtojen KYTKEMISEEN ......c.iiiiiieiiice ettt 49

9.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot . 51

9.2 Ulkoyksikdn sahkojohtojen liittaminen . 51

10 Ulkoyksikén asennuksen viimeistely 53
10.1  Ulkoyksikon asennUKSEN VIIMEISTEIY. .....c.iiiiiieieieicietiee ettt ettt nes 53

10.2  UIKOYKSIKON SUIKEMINEN ...ttt ettt ettt ekttt s et es et s sttt en e sens 53

11 Maaritys 54
LT 1 LAIEELIAASETUS ..ttt bbbt bbb sttt e 54
1111 Laitostilan @SETtaMINEN ......iiiiiciie e 54

11.2  Valmiustilatoiminto 54
11.2.1  Tietoja valmiustilatoiminnosta. 54

11.2.2  Valmiustilatoiminnon ottaminen kayttoon 55

12 Kayttéonotto 56
12,1 Kayttoonottoa koskevia VarotoimMENPItEItA ... ....u ettt 56

12.2  Tarkistuslista @NNen KGYTEOONOTIOA ......euiiiiiieiiieiei ettt s ettt s et es ettt enas 56

12.3  Tarkistuslista KEYttOONOTON @IKANA.....c.icuiiiiiieiei ettt ettt 57

12.4  Koekayton suorittaminen 57

12.5  Ulkoyksikon kdynnistaminen 58

13 Luovutus kayttajille 59
14 Kunnossapito ja huolto 60
14.1  Yleiskuvaus: KUNNOSSAPItO Ja NUOITO ..o.vviiiiiiiieiiieicieee ettt eeas 60

142 KUNNOSSAPIAON VAIOTOMMET ...ttt ettt ettt ettt es ettt ettt ettt ettt eenes 60

14.3  Ulkoyksikon vuosittaisen kunnossapidon tarkiStUSIISa ........o.eoveioiiiieiiecie e 60

144 TIET0JA KOMPIESSOTISTA wviviuiuiiiiiit itttk h sttt bbb 8 stttk h ettt bttt 61

15 Vianetsinta 62
15.1  VYleiskuvaus: Vianetsinta 62

15.2  Vianmaarityksessa huomioitavaa 62

15.3  Ongelmien selvittaminen oireiden perusteella 62
15.3.1  Oire: Sisdyksikot putoavat, tarisevat tai PitAVAt GaNTE ...ocvoieeiiieiecee s 62

15.3.2  Oire: Yksikko El lammita tai jadhdytd 0dOteTUSTI ..ceoviiieiiiiicie s 62

15.3.3  Oire: Vesivuoto 63

15.3.4  OQire: Sahkévuoto.. 63

15.3.5  Oire: Yksikko ei toimi tai palovaurio 63

15.4  Vianmadritys ulkoyksikon piirilevyn LED-valojen @aVulla........ccooviiiiiiiiieiecscee e 63

16 Havittaminen 64
16.1  YIEISKUVAUS: HAVITEAMINEN L.ttt ettt ettt ettt s et s ettt ettt ettt en s 64
16.2 P OIS PUMIPIDAUS .t h ekt h e h e s etk ekt h e btk eh sttt bbb h bbb bbbttt 64

16.3  Pakotetun jadhdytyksen aloittaminen ja pysayttaminen 65
16.3.1  Pakkojadhdytyksen kdynnistdminen ja pysayttaminen kayttamalla sisayksikon ON/OFF-kytkint 65

16.3.2  Pakkojaahdytyksen kdynnistaminen ja pysayttaminen kayttamalla sisayksikon kayttoliittymaa................. 65

17 Tekniset tiedot 66
170 KYEKENTAKAVIO ...ivieieieei ettt sttt ettt s ettt et etttk s e s ettt s 66
17.1.1  Yhdistetty KytkentakaaVion SEIITYS ......cirieiiiiicice s 66

18 Sanasto 69
RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Asentajan viiteopas

R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
4P519439-12W - 2022.11

3



1 | Tietoja asiakirjasta

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

VAROITUS
Varmista, ettd asennus, huolto, korjaus ja kdytetyt materiaalit noudattavat Daikin-

ohjeita (mukaan lukien kaikki asiakirjasarjassa mainitut asiakirjat) seka sovellettavaa
lainsadadantda ja ettd niitd suorittavat vain valtuutetut henkildt. Euroopassa ja
alueilla, joissa sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/IEC
60335-2-40.

Kohdeyleiso

Valtuutetut asentajat

TIETOJA

Tdssa asiakirjassa kuvataan vain ulkoyksikkéa koskevat asennusohjeet. Katso tietoja
sisdyksikon asennuksesta (sisayksikon kiinnittaminen, kylmaaineputkiston liittdminen
sisdyksikkoon,  sahkojohtojen  liittdaminen  sisdyksikkoon  jne.)  sisdyksikon
asennusoppaasta.

i

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohijeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikdn asennusopas:
- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavana alueelliselta
Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjalta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisatietoja
tuotteestasi Daikin-sivustolla.

ARXM-R9 RXA-A9
Eﬂ'ﬁ Ol Ll

E . "
Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kdannoksia.

Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

2.1 Tietoja asiakirjasta

= Alkuperdinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kaannoksia.

= Tdssa asiakirjassa olevat varotoimet kasittelevat erittdin tarkeitd aiheita. Noudata
niitd huolellisesti.

= Jarjestelman asennus seka kaikki asennusoppaassa ja asentajan viiteoppaassa
kuvatut toimenpiteet TULEE suorittaa valtuutetun asentajan toimesta.

2.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmaisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

SIS

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Yksikdssa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys
[:I—_i:l Lue asennus- ja kdyttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.
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2 | Yleiset varotoimet

2.2 Asentajalle

2.2.1 Yleista

Symboli Selitys

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

|I|I Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.
‘ﬁ Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kdytetyt symbolit:

Symboli Selitys
[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "& 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",
@ [Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "m 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

= ALA koske kylmaaineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdyton aikana tai
heti kayton jalkeen. Ne voivat olla lilan kuumia tai lilan kylmid. Anna niiden
palautua normaaliin lampdotilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineita.

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylm3ainetta.

VAROITUS

Laitteiden tai lisdlaitteiden vaara asennus tai liittdminen saattaa aiheuttaa
sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Kayta VAIN
lisdvarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai hyvaksynyt.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tdyttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).

VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkdan lapset EIVAT paise
leikkimaan niilla. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

VAROITUS

Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kdyttdd yksikkoa suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.

> B> B B P

Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMAUTUS

Kayta riittdvaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

HUOMAUTUS

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineits tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiiped yksikon paalle tai istu tai seiso sen paélla.

HUOMIO

Ulkoyksikkoon tehtavat tyot on paras tehda kuivassa sddssa vedelta suojautumista
varten.

@ BB P

Sovellettavien lakisdateisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintddn seuraavat tiedot TAYTYY merkitd tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.2.2 Asennuspaikka

= Varmista, etta yksikdn ymparilld on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
= Varmista, ettd yksikkod on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkoa seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sahkOomagneettisia aaltoja  sateilevia laitteita.
Sahkémagneettiset aallot voivat hdiritad ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

Ohjeita R32-kylmd&ainetta kayttavia laitteita varten

@ VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmdaine on lievasti tulenarkaa.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritd
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etté jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, ettad valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin),
ja huoneen koon tulee olla alla olevan maarityksen mukainen.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikinin ohjeita
ja sovellettavaa lainsdaadantoa ja ettd niitd suorittavat VAIN valtuutetut henkilot.

> B> B P

VAROITUS

Jos yksi tai useampi huone on yhdistetty yksikk6on kanavajdrjestelmaa kayttamallg,
varmista, etta:

" toimivia syttymislahteita ei ole (esimerkki: avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin), mikali lattiapinta-ala on
pienempi kuin minimilattiapinta-ala A (m?).

= kanaviin ei ole asennettu lisalaitteita, jotka voivat olla mahdollisia syttymislahteita
(esimerkki: kuumat pinnat, joiden lampétila ylittaa 700°C, ja sahkokytkentalaite);

= kanavissa kdytetdan vain valmistajan hyvaksymia lisalaitteita;

* ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen kanavalla. Al3
kayta tiloja, kuten riippuvaa sisakattoa, ilman tulo- tai poistoaukon kanavana.

VAROITUS

® Ryhdy varotoimiin kylmdaineputkiston liiallisen tdrindn tai painevaihtelun
estamiseksi.

® Suojaa suojalaitteet, putket ja kiinnikkeet mahdollisimman hyvin haitallisilta
ymparistovaikutuksilta.

Jata tilaa pitkien putkistojen laajentumista ja supistumista varten.

Suunnittele ja asenna jaahdytysjarjestelmien putket niin, ettd minimoidaan
jarjestelmaa vaurioittavan hydraulisen iskun todennakaoisyys.

= Kiinnita sisalaitteisto ja -putket tukevasti ja suojaa ne, jotta valtetdan laitteiston
tai putkien puhkaiseminen vahingossa, kun esim. siirretddan huonekaluja tai
suoritetaan saneeraustoita.

HUOMAUTUS

ALA  kéytd mahdollisia  sytytysldhteitd kylm&ainevuotojen etsimiseen tai
tunnistamiseen.

HUOMIO
= Al4 kdyta uudelleen aiemmin kaytettyj4 liitoksia ja kuparitiivisteita.

= Asennuksen aikana kylmaainejarjestelman osien valiin tehtyihin liitoksiin tulee
paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten.

Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

Asennustilavaatimukset

= sisdayksikot, joissa ei

autotalli, tekninen tila)

VAROITUS
Jos laitteet sisdltavat R32-kylmaainetta, huoneen, johon laitteet asennetaan ja jossa

niita kaytetdan ja sailytetaan, pinta-alan taytyy olla suurempi kuin minimilattiapinta-
ala, joka on méaaritetty alla olevassa taulukossa A (m?). Laitteet, joita timéa koskee:

ole kylmaaineen vuotoanturia; jos sisdyksikbssda on
kylmdaineen vuotoanturi, katso tietoja asennusoppaasta

= ulkoyksikot, jotka asennetaan tai joita sailytetdan sisalla (esim. talvipuutarha,

HUOMIO
= Suojaa putkisto fyysisilta vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitad minimissaan.

Minimilattiapinta-alan maarittdminen

1 Maaritd jarjestelman kylmdaineen kokonaismaara (= tehtaalla lisatty
kylmaaine @ + @ lisatyn kylmaaineen maara).

M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
GWP: xxx e =:kg

(2]
r. 9 ¢9+0- kg
GWP x kg _|
Ld 000 | tCO,eq

2 Maarita, mita kaaviota tai taulukkoa kaytetaan.

= Sisdyksikot: Onko yksikkd kiinnitetty kattoon vai seindan vai seisooko se

lattialla?

» Sisdlle asennettujen tai sielld sailytettavien ulkoyksikéiden kohdalla tama

riippuu asennuskorkeudesta:

Jos asennuskorkeus on...

Kayta seuraavaa kaaviota tai taulukkoa...

<1,8m

Lattialla seisovat yksikot

1,8<x<2,2 m

Seindan kiinnitettavat yksikot

>2,2m

Kattoon kiinnitettavat yksikot

3  Maaritd minimilattiapinta-alan kayttamalla kaaviota tai taulukkoa.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 P DAIKIN
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o /‘; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
S / ] unit@ unit® unit©
;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kg) A (m?)
690 /i1 | <1842 — <1.842 — £1.842 —
] L1 ]| 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
s s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
Tl / § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
520 / 5 2.4 4.74 2.4 5.79 2.4 49.0
8105 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / j 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
550, : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 ] 3.4 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
st 1 3.6 8.20 3.6 12.3 3.6 110
) 3.8 9.14 3.8 13.7 38 123
P 2 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ ; 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
P i } 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' s/ s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o i 1 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
o 5 so | e || 2o | me || s |z
t 360 5. 7. . . .
,§, 35000 5.4 18,5 5.4 27.6 5.4 248
< ¥y / 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
N0 5.8 213 5.8 31.8 5.8 286
mo 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
210 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
250 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 6.6 276 6.6 412 6.6 371
12 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
150 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
1700 7.2 3238 7.2 49.0 7.2 441
50 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
pRT 76 36.6 7.6 54.6 7.6 492
12 7.8 38.5 7.8 57.5 78 518
10 ! 8 40.5 8 60.5 8 545
0D SSRsis Esasees: 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
ne onted Ut ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 Wl = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
01 == e —nteduntt : 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
02 T [Celng : 9 513 9 76.6 9 689
01.5 22126] 3 34]38]42]46] 5[54]58]62]66] 7 [74]78]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
{2 24283236 4 44 4852 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 955! 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara

A

min  Minimilattiapinta-ala

(a) Ceiling-mounted unit (= kattoon kiinnitettava yksikko)
(b) Wall-mounted unit (= seindan kiinnitettava yksikko)
(c) Floor-standing unit (= lattialla seisova yksikko)

2.2.3 Kylmaaine — jos kdytossa on R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisatietoja.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylméaaineen pois
jarjestelmastad, ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikdn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmdaineen voi kerata jarjestelmasta ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kdynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmas, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

Asentajan viiteopas
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VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmdainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

>

= Kylmdaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmé&aine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan ymparistéon. Tyhjenna
jarjestelma tyhjiopumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettd jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali happea
paasee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylmaainetta enempaa kuin maaritetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylm3ainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
maaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja liitinnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

O o o B P

= Jos lisatdyttd on tarpeen, katso tiedot yksikdn nimikilvesta. kylmaaineen tyyppi ja
tarvittava maara.

= Yksikké on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien ko'oista ja
pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin jarjestelmiin.

= Kayta VAIN jarjestelmassa kdytetylle kylmaainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,
jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien pdaseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Taytd nestekylmaaine seuraavasti:

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissa on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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Jos Silloin

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Tayta kylmaaine nestemuodossa. Sen lisédminen kaasuna voi estdd normaalin
toiminnan.

HUOMAUTUS

Kun kylmaaineen lisddminen on valmis tai keskeytetddn, sulje kylmdainesadilion
venttiili heti. Jos venttiilia El suljeta heti, jaljelld oleva paine voi tayttda lisaa
kylmaainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmaaineen maara.

>

2.2.4 Keruuliuos

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisdtietoja.

VAROITUS

Keruuliuoksen valinta ON tehtava paikallisen lainsaadannon mukaisesti.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista keruuliuoksen vuodon varalta. Jos keruuliuosta
vuotaa, tuuleta alue valittomasti ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS

Yksikon sisdinen sisdilman lampétila voi olla paljon korkeampi kuin huonelampatila,
esim. 70°C. Jos keruuliuosta vuotaa, yksikon sisalld olevat kuumat osat voivat
aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

VAROITUS

Sovelluksen kayton ja asennuksen ON noudatettava sovellettavassa lainsdadannossa
maaritettyja turva- ja ymparistovarotoimia.

> B PP

2.2.5 Vesi
Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kdyttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisatietoja.
HUOMIO
Varmista, etta veden laatu tayttad EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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2.2.6 Sahkoinen

A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransyotot ennen kytkinrasian kannen irrottamista,
sahkojohtojen kytkemista tai sahkdosien koskettamista.

® |rrota virransyotté vahintdadn 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkoosiin marilla kasill3.

= ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

>

VAROITUS

Jos paskytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan Il
ehtojen mukaisesti.

>

VAROITUS
= Kaytd VAIN kuparijohtimia.
= Varmista, etta kenttajohdotus tayttaa sovellettavat maaraykset.

= Kenttajohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentikaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT paise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkaiskun.

= Yksikon kayttod edellyttas erillistd, sille varattua virtaldhdetts. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

* Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehdd, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

* Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

A

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen sahkoosa ja sdhkoosarasiassa oleva
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kdynnistat yksikon.

A

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen
litantojen tekemista.

= Virransyottoéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvat ennen maadoitusjohdinta siina
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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HUOMIO
Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:

Y[ o Je
v X X

= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtarivilittimeen (I6ysat sdhkdjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketdan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristdmiseen sopivaa ruuvimeisselid. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa paata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vahintdan 1 metrin paahan televisioista ja radioista hairididen
estamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etaisyys El valttamatta riita.

HUOMIO
Patee VAIN silloin, kun virransy6tté on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/

POIS-kaynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jalkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kdynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kaytto vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

2.2.7 Kaasu
Kaasukattilan tehdasasetuksiin kuuluvat:
= tyyppitunnistelevyssa tai asetustyyppilevyssa oleva kaasutyyppi,
= tyyppitunnistelevyssa ilmoitettu kaasupaine.
Kayta yksikkod VAIN ndiden tyyppitunnistelevyjen kaasutyypin ja kaasunpaineen
kanssa.
Kaasujdrjestelman asennus ja sovitus vaativat:
= tydohon patevaa henkilda,
= kaasuasennukseen liittyvien ohjeiden noudattamista,
= kaasuntoimittajan sdannosten noudattamista,
= paikallisten ja kansallisten lakien noudattamista.
Maakaasua kayttdvat kattilat ON liitettdava hallittavaan mittariin.
Nestekaasua kdyttavat kattilat ON liitettava regulaattoriin.
Kaasun tuloputken koko ei saa missdan tilanteessa olla pienempi kuin 22 mm.
Mittari tai regulaattori ja putkisto ON tarkistettava, mieluusti kaasuntoimittajan
toimesta. Tama varmistaa, etta laitteisto toimii oikein ja tdyttda kaasun virtaus- ja
painevaatimukset.
Asentajan viiteopas |4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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VAARA

Jos haistat kaasua:

= soita valittdmasti paikallisen kaasuntoimittajalle ja asentajalle,

kutsu  nestekaasusailion  kyljessa olevaan toimittajan
sovellettavissa),

kytke mittarin/regulaattorin hatasaatoventtiili pois paalts,
ALA kytke virtakytkimia p&alle tai pois,

ALA sytyta tulitikkua tai tupakoi,

sammuta kaikki avotulet,

avaa ovet ja ikkunat valittomasti,

pida ihmiset pois vaikutusalueelta.

numeroon  (jos

2.2.8 Kaasunpoisto

Hormijarjestelmia El saa muokata tai asentaa muulla tavalla kuin asennusohjeen
mukaisesti. Laitteen, hormien tai niihin liittyvien osien ja jarjestelmien vaarinkaytto
tai valtuuttamaton muokkaus voivat mitatéida takuun. Valmistaja ei ole missaan
vastuussa sellaisiin toimintoihin liittyvista toimista.

Eri toimittajilta ostettuja hormijarjestelman osia El saa yhdistaa.

2.2.9 Paikallinen lainsdadanto

Katso paikalliset ja kansalliset maaraykset.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Yksikon asennus (katso "6 Yksikon asennus" [» 25])

VAROITUS
Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen

on noudatettava soveltuvaa lainsdaadant6a. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

Asennuspaikka (katso "6.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 25])

HUOMAUTUS
= Tarkista, kestaako asennuspaikka yksikén painon. Huono asennus on vaarallinen.

Se voi my0s aiheuttaa tdrinda ja epanormaalia kayntidanta.

= Jata riittavasti huoltotilaa.

= Al3 asenna yksikkd3 niin, ettd se koskettaa kattoa tai seindi, silld se voi aiheuttaa
tarinaa.

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteitd

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

Yksikén avaaminen ja sulkeminen (katso "6.2 Yksikbn avaaminen ja
sulkeminen" [» 29])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

> B P

Kylmaaineputkiston liittaminen (katso "7.2 Kylm&aineputkiston
littdminen" [» 34])

HUOMAUTUS

® Ei juottamista tai hitsaamista tydmaalla yksikoille, joissa on R32-kylmaainetayttd
kuljetuksen aikana.

>

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten osien liittaminen, joissa
ainakin yksi osa on taytetty, tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat
vaatimukset: tiloissa, joissa oleskelee ihmisid, ei-pysyvia liitoksia ei sallita R32-
kylmaaineella lukuun ottamatta tyomaalla tehtyja liitoksia, joilla liitetdan
sisdyksikkd suoraan putkistoon. Tyomaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikoihin, taytyy olla ei-pysyvaa tyyppia.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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VAROITUS

Liita kylmaaineputkisto tukevasti ennen kompressorin kdynnistamista. Jos
kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa
kdynnissa, ilmaa imetdaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jaahdytyspiirissa, mika voi aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen ja jopa vammoja.

HUOMAUTUS

= Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa kylmaainekaasun vuotoja.

= ALA kiyti laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja estamaan kylmaainekaasun
vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien
kaytto voi aiheuttaa kylméakaasun vuotoja.

HUOMAUTUS

Ald avaa venttiileitd, ennen kuin laipoitus on valmis. Se voi aiheuttaa
kylmaainekaasuvuodon.

> B P

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Al avaa sulkuventtiileitd, ennen kuin alipainekuivaus on valmis.

Kylmaaineen taytto (katso "8 Kylmaaineen tayttd" [» 43])

VAROITUS

>

= Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievdsti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos
kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoaineldmmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= Ald kaytid yksikkdéd ennen kuin huoltohenkild on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmdainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rdjahdyksia ja

onnettomuuksia.

" R32 sisdltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA passta naita kaasuja iimakeh&an.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

VAROITUS
Al koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa kylmé&ainetta. Seurauksena voi olla

vakava paleltumavamma.

Sahkoasennus (katso "9 Sahkdéasennus" [» 47])

VAROITUS
Laite on asennettava kansallisten kytkentamaaraysten mukaisesti.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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ﬁ VAROITUS
= Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on

taytettdva sovellettavat kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkaliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannén maaraykset.

VAROITUS
= Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sdhkojohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terévid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA k3ytd teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitantdjd téhtijarjestelmastd. Ne
voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta, jossa katkojan karkivali on
vahintaan 3 mm ja joka tarjoaa tdyden katkaisun ylijanniteluokassa IIl.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan pdtevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

VAROITUS

Al3 liita virtalahdett3 sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa sahkaiskun tai tulipalon.

VAROITUS
= Al3 kdyta paikallisesti ostettuja sdhkoosia tuotteen sisalla.

= Al haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd riviliittimestsd. Se saattaa
aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etaalla kupariputkista, joita ei ole lampderistetty, silld nama
putket tulevat hyvin kuumiksi.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki sahkdosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran virtaldhteesta. ALA kosketa
niitd paljain kasin.

> B> BB B PP
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Irrota virransyottd vahintdan 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin

kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
taytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sdhkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

Sisdyksikon asennuksen viimeistely (katso "10 Ulkoyksikdn asennuksen
viimeistely" [» 53])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Varmista, etta jarjestelma on maadoitettu kunnolla.

>

= Katkaise virransyotto ennen huoltoa.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyoton kytkemista paalle.

Maaritykset (katso "11 Maaritys" [» 54])

VAROITUS

Varmista ennen liittimen kytkemistd tai irrottamista, etta virransyotto on katkaistu.

>

Kayttoonotto (katso "12 Kayttéonotto" [» 56])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttda, kun tyoskentelet sisdyksikdiden parissa.

Koekdyttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myods liitetty sisayksikkd toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

> B PP

Kunnossapito ja huolto (katso "14 Kunnossapito ja huolto" [» 60])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

> B
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

® Ennen kuin suoritat mitdan kunnossapito- tai korjaustoimenpidettd, varmista
AINA, ettd virtakytkin sahkotaulussa on kaannetty pois paaltd, sulakkeet on
irrotettu tai ettd yksikon suojalaitteet on avattu.

= ALA kosketa jannitteisid osia 10 minuuttiin virran katkaisun jilkeen
suurjannitevaaran takia.

* Huomaa, etta eraat sahkoosarasian osat ovat kuumia.

= VARO koskettamasta sahkoa johtavaa osaa.

ALA huuhtele yksikkda. Se voi aiheuttaa sdhkéiskun tai tulipalon.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Kayta tata kompressoria vain maadoitetussa jarjestelmassa.
= Katkaise virta ennen kompressorin huoltamista.

= Kiinnita kytkinrasian kansi ja huoltokansi takaisin huollon jalkeen.

HUOMAUTUS

Kayta AINA suojalaseja ja suojakasineita.

> > b

VAARA: RAJAHDYSVAARA
= Kayta putkileikkuria kompressorin irrottamiseen.
= Al3 kdyts puhalluslamppua.

= Kaytd vain hyvaksyttyja kylmaaineita ja voiteluaineita.

>

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

ALA kosketa kompressoria paljain késin.

Vianetsintd (katso "15 Vianetsintd" [» 62])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

> B B

VAROITUS

= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, ettd yksikké on irrotettu
verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

* Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vieldkaan saa selville vian syyta, soita jalleenmyyjallesi.

>

VAROITUS

Valta vaarat vahingossa tapahtuvan lamposuojan nollaamisen varalta: tahan
laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sita saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

Asentajan viiteopas
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Kun vyksikkd ei ole toiminnassa, piirilevyn LED-valot on sammutettu virran

saastamiseksi.

= Riviliittimessa ja piirilevyssa saattaa olla virtaa, vaikka LED-valot eivat pala.
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4 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman ldhelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

|1| Sarkyvaa, kasittele yksikkoa varoen.
Pida yksikko pystyasennossa vaurioiden valttamiseksi.
Pida yksikko poissa sateesta tai kosteista olosuhteista.

|Ei| Laatikon ja yksikdn nostamiseen tarvitaan vahintaan 2 henkil6a.

4.1 Ulkoyksikko

4.1.1 Ulkoyksikdon purkaminen pakkauksesta

4.1.2 Ulkoyksikon kasittely

HUOMAUTUS
Vammojen  vilttdmiseksi ALA  kosketa  yksikén  tuloilma-aukkoa  dldka

alumiinilamelleja.
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HUOMAUTUS
Kasittele ulkoyksikkda VAIN seuraavalla tavalla:

HUOMIO
= Aseta yksikko tasaiselle pinnalle.

= Varmista ennen asennusta, ettd yksikon alumiinirivat ovat suorassa. Jos ne eivat
ole suorassa, suorista ne ripakammalla (hankitaan erikseen).

4.1.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta

1 Nosta ulkoyksikkda.
2 Poista varusteet pakkauksen pohjalta.

3 Varmista, etta kaikki seuraavat varusteet toimitettiin yksikon mukana:
a

Yleiset varotoimet

Ulkoyksikon asennusopas

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Tyhjennystulppa (pakkauslaatikon pohjalla)

Energiatarra

-0 Q0 T QO
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5 Tietoja yksikosta

5 VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

5.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

Tama luku sisaltda tietoja seuraavista:

= Ulkoyksikdn tunnistaminen

5.2 Tunnistaminen

HUOMIO
Kun asennat tai huollat useita yksikoita samanaikaisesti, varmista, etta ET vaihda eri

mallien huoltopaneeleita keskenaan.

5.2.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikkd

Sijainti

<
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6 Yksikon asennus

VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen
on noudatettava soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

Tassa luvussa

6.1 Asennuspaikan valmistelu 25
6.1.1 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset 26
6.1.2 Ulkoyksikén asennuspaikan lisavaatimukset kylmdassa ilmastossa 28
6.2 Yksikon avaaminen ja sulkeminen...........ccocooooiiniiiiiiiens .29
6.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta 29
6.2.2 Ulkoyksikén avaaminen.... 29
6.2.3 Ulkoyksikdn sulkeminen... 29
6.3 Ulkoyksikon kiinnitys 30
6.3.1 Tietoja ulkoyksikon kiinnityksesta 30
6.3.2 Varotoimet kun ulkoyksikkda kiinnitetaan 30
6.3.3 Asennusrakenteen valmistelu 30
6.3.4 Ulkoyksikon asentaminen ... 31
6.3.5 Tyhjennyksen valmistelu 31
6.3.6 Ulkoyksikdn Kaatumisen @STAMINEN .......ooiiiiiiieiiiee ettt ettt 32

6.1 Asennuspaikan valmistelu

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon siirtamiseen paikalle ja sielta
pois.

ALA asenna yksikkod usein tydntekoon kaytettdviin paikkoihin. Yksikkd TAYTYY
peittda sellaisten rakennustoiden (esim. hionnan) ajaksi, joissa syntyy paljon polya.

HUOMAUTUS

= Tarkista, kestaako asennuspaikka yksikon painon. Huono asennus on vaarallinen.
Se voi my0s aiheuttaa tdrinda ja epanormaalia kayntidanta.

= Jata riittavasti huoltotilaa.

= Al3 asenna yksikkd3 niin, ettd se koskettaa kattoa tai seindi, silld se voi aiheuttaa
tarinaa.

= Valitse paikka, jossa kayntidani tai yksikostd poistuva kuuma/kylma ilma ei
hairitse ketdan ja joka on sovellettavan lainsadadannén mukainen.

= Varmista, ettd yksikdn ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= V3lta alueita joissa voi vuotaa tulenarkaa kaasua tai tuotetta.

= Asenna yksikot, virtajohdot ja tiedonsiirtojohdot vahintdan 3 metrin paahan
televisioista ja radioista hairididen estdmiseksi. Radioaaltojen mukaan 3 metrin
etdisyys ei valttamatta riita.

HUOMIO

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka saattaa kastua. Muuten
yksikoén tai kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella olevat esineet voivat
likaantua tai vaurioitua.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteitad

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

6.1.1 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

®
l Lue myos seuraavat vaatimukset:

= "2 Yleiset varotoimet" [ 5].

= "7.1.3 Kylmdaineputkiston pituus ja korkeuserot" [» 34].

Huomioi seuraavat etdisyysohjeet:

(mm)

a llman ulostulo
b Tuloilma

HUOMIO
Seinan korkeuden ulkoyksikon poistopuolella taytyy olla <1200 mm.

@ HUOMIO
= ALA pinoa yksikoita toistensa paille.

= ALA ripusta yksikkoa kattoon.

Voimakkaat tuulet (218 km/h), jotka puhaltavat ulkoyksikon ilman ulostuloaukkoon
aiheuttavat oikosulun (poistoilman imun). Seurauksena voi olla:

= kdyttokapasiteetin heikentyminen;
= saanndllinen jaatymisen kiihtyminen [ammitystoiminnossa;
= kdyton hairiintyminen alhaisen tai korkean paineen takia;

= hajonnut puhallin (jos voimakas tuuli puhaltaa jatkuvasti puhaltimeen, se saattaa
alkaa pyoria erittain nopeasti, kunnes hajoaa).

On suositeltavaa asentaa suojalevy, kun ilman ulostuloaukko on alttiina tuulelle.

On suositeltavaa asentaa ulkoyksikkd niin, ettd ilman tuloilma-aukko on seinaa pain
EIKA suoraan alttiina tuulelle.

Asentajan viiteopas
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6 | Yksikon asennus

a Suojalevy
b Vallitseva tuulen suunta
¢ Ilman ulostulo

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Ainelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kayttddanet eivat
aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos ddni mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi
olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Adnen spektri mainittu d&nenpainetaso
ympadriston melun ja danten heijastumisen takia.

° TIETOJA
l Asnenpainetaso on alle 70 dBA.

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hoyryd. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentda yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
= Ajoneuvot tai laivat
= Tilat, joissa on happamia tai emaksisid hoyryja

Asennus meren laheisyyteen. Varmista, ettd ulkoyksikkd El ole suoraan alttiina
merituulille. Taman tarkoituksena on estdd ilman korkean suolapitoisuuden
aiheuttama korroosio, mika saattaa lyhentaa laitteen kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikko etaalle suorista merituulista.

Esimerkki: Rakennuksen taakse.

H HHHHHEA

| [

Jos ulkoyksikko altistuu suorille merituulille, asenna tuulensuoja.
= Tuulensuojan korkeus >1,5xulkoyksikon korkeus

= Huomioi huoltotilan tarve, kun asennat tuulensuojan.
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L&
o
H HHBHBA

[ 1]

Merituuli
Rakennus
Ulkoyksikkod
Tuulensuoja

o n T O

Ulkoyksikkd on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja alla olevassa taulukossa
madritettyihin ulkolampotiloihin (ellei kytketyn sisayksikon kayttdoppaassa toisin
madriteta).

Malli Jaahdytys Lammitys
RXM-R9, ARXM-R9 —-10~50°C DB —-20~24°C DB
RXA-A9 -10~46°C DB —15~24°C DB

6.1.2 Ulkoyksikdn asennuspaikan lisdvaatimukset kylmassa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkda suoralta lumisateelta ja varmista, ettd ulkoyksikko El voi jaada
lumen alle.

a Lumisuoja tai vaja

b Jalusta

¢ Vallitseva tuulen suunta
d Ilman ulostulo

Yksikon alapuolelle kannattaa jattaa vahintdaan 150 mm vapaata tilaa (300 mm
runsaslumisilla seuduilla). Varmista myos, ettd yksikkd on vahintdan 100 mm
odotetun suurimman lumen korkeuden yldpuolella. Rakenna tarvittaessa jalusta.
Katso lisatietoja kohdasta "6.3 Ulkoyksikdn kiinnitys" [» 30].

Alueilla, joilla sataa paljon lunta, on tarkeda valita sellainen asennuspaikka, jossa
lumi El vahingoita yksikkda. Jos on mahdollista, ettd lunta sataa sivulta pain,
varmista, ettd lumi El padse vahingoittamana lammaonvaihtimen kierukkaa. Asenna
tarvittaessa lumisuoja tai vaja ja jalusta.

Asentajan viiteopas
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6.2 Yksikdbn avaaminen ja sulkeminen

6.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta

Yksikko on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:
= Kylmdaineputkistoa liitettdessa
= Kun sahkdjohdot kytketaan

= Kun yksikkoa pidetdan kunnossa tai huolletaan
VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkoa valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

6.2.2 Ulkoyksikén avaaminen

A\
A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

6.2.3 Ulkoyksikdon sulkeminen

HUOMIO
Kun suljet ulkoyksikon kantta, varmista, etta kiristysmomentti ei ylitd arvoa 1,3 Nem.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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6.3 Ulkoyksikdn kiinnitys

6.3.1 Tietoja ulkoyksikodn kiinnityksesta

Milloin

Ulko- ja sisdyksikko taytyy kiinnittad, ennen kuin kylmdaineputkisto voidaan liittaa.

Tyypillinen tyonkulku

Ulkoyksikon kiinnittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1

2
3
4

Asennusrakenteen valmistelu.
Ulkoyksikdn asentaminen.
Tyhjennyksen valmistelu.
Yksikon kaatumisen estaminen.

6.3.2 Varotoimet kun ulkoyksikkoa kiinnitetaan

TIETOJA

°
l Lue my0s varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= "2 Yleiset varotoimet" [» 5]

= "6.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 25]

6.3.3 Asennusrakenteen valmistelu

Tarkista asennuspaikan maan kestdvyys ja tasaisuus, jotta yksikkd ei aiheuta
toimintavarinaa tai -melua.

Kayta tarindnkestavaa kumia (hankitaan erikseen) tapauksissa, joissa tarinat voivat
siirtya rakennukseen.

Kiinnita yksikko turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen mukaisesti.

Ota valmiiksi 4 sarjaa M8- tai M10-ankkuripultteja, muttereita ja aluslaattoja
(hankittava erikseen).

20 mm

Lfﬁﬂ
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a 100 mm odotetun lumen korkeuden yldpuolella

6.3.4 Ulkoyksikén asentaminen

®

AN

6.3.5 Tyhjennyksen valmistelu

= Varmista, etta tiivistyva vesi voidaan tyhjentaa oikein.
= Asenna yksikkd alustalle, jolta vedenpoisto voidaan toteuttaa asianmukaisesti,
jotta valtetdan jaan kertyminen.

= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava johtamaan yksikodsta poistuva
poistovesi.

= Estd poistoveden tulviminen jalankulkutielle, jotta se El tulisi liukkaaksi ulkoilman
lampotilan ollessa pakkasen puolella.

= Jos asennat yksikdon kehikkoon, asenna vedenpitdva levy yksikdn alapuolelle
enintdan 150 mm:n etdisyydelle yksikon pohjasta, jotta vesi ei paase yksikkdon ja
jotta poistovetta ei padse tippumaan (katso seuraava kuva).

VN

/ N
W)
&
@
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HUOMIO

Jos yksikkd asennetaan kylmaan ymparistoon, varmista etta poistettu tiivistynyt vesi

El voi jaatya.

HUOMIO

Jos ulkoyksikon poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai lattiapinnan peitossa, laita
<30 mm korkeat lisdjalat ulkoyksikon jalkojen alle.

° TIETOJA

1

Saat lisatietoja saatavilla olevista vaihtoehdoista jalleenmyyjaltasi.

1 Kaytad tyhjennystulppaa tyhjennykseen.

2 Kaytd @16 mm:n letkua (hankitaan erikseen).

1
| S|

) . Nk
% n &
BEN

d

>~

Tyhjennysportti
Pohjakehys
Tyhjennystulppa

Letku (hankitaan erikseen)

o n T O

6.3.6 Ulkoyksikon kaatumisen estaminen
Jos yksikkd on asennettu paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat kallistaa
yksikkoad, suorita seuraavat toimet:
1 Valmistele 2 kaapelia seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisdlly toimitukseen).
2 Aseta 2 kaapelia ulkoyksikon paalle.

3 Aseta kumilevy kaapelien ja ulkoyksikon vdliin, jotta kaapelit eivat naarmuta
maalia (ei sisdlly toimitukseen).

4 Kiinnitd kaapelin paat.

Kirista kaapelit.
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7 Putkiston asennus
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7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu
7.1.1 Kylmaéaaineputkiston vaatimukset
° TIETOJA
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [» 5].
HUOMIO
Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmaaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettyd, saumatonta kupariputkea kylméaaineputkistoa varten.
= Putkiston materiaali: fosforihappopelkistetty, saumaton kupari
= Laippaliitdnnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.
= Putkiston halkaisija:
Nesteputkisto Kaasuputkisto
@6,4 mm (1/4") ©@9,5 mm (3/8")
= Putkiston temperointiaste ja paksuus:
Ulkohalkaisija (@) Temperointiaste Paksuus (t)*®
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) >0,8 mm \“@i
9,5 mm (3/8") Karkaistu (O)
@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikén suurimman tydpaineen mukaan (katso PS High
yksikén nimikilvessd) voidaan tarvita paksumpia putkia.
7.1.2 Jaahdytysputkiston eristys
= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
- lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)
- ldammonkesto vahintadn 120°C
RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet 33

4P519439-12W —2022.11



7 | Putkiston asennus

= Erityksen paksuus

Putken ulkohalkaisija (@,)

Erityksen sisdhalkaisija

(@)

Eristyksen paksuus (t)

6,4 mm (1/4")

8~10 mm

>10 mm

9,5 mm (3/8")

10~14 mm

>13 mm

Jos lampétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%, eristysmateriaalin tulee
olla vahintdan 20 mm paksua kondensaation ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

7.1.3 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Mita? Etdisyys
Putken suurin sallittu pituus 20m
Putken pienin sallittu pituus 1,5m
Suurin sallittu korkeusero 15m

7.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

HUOMAUTUS

A

kuljetuksen aikana.

= Ei juottamista tai hitsaamista tyémaalla yksikoille, joissa on R32-kylméaainetayttod

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten osien liittdminen, joissa
ainakin yksi osa on tdytetty, tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat
vaatimukset: tiloissa, joissa oleskelee ihmisid, ei-pysyvia liitoksia ei sallita R32-

kylmaaineella

lukuun ottamatta tyémaalla tehtyja

litoksia, joilla liitetdan

sisayksikkd suoraan putkistoon. Tyomaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikoihin, taytyy olla ei-pysyvaa tyyppia.

7.2.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Ennen kylmaaineputkiston liittamista

Varmista, etta ulko- ja sisayksikko on asennettu.

Tyypillinen tyonkulku

Kylmdaineputkiston liittdmiseen sisaltyy:

= Kylmaaineputkiston liittdminen sisayksikkdon

= Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkdon

= Kylmdaaineputkiston eristaminen

= Pidd mielessa seuraavat ohjeet:

- Putken taivutus

- Putkien paiden laipoitus

- Sulkuventtiilien kaytto

Asentajan viiteopas
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7.2.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

TIETOJA
Lue my0s varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:
= "2 Yleiset varotoimet" [ 5]

= "7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu" [» 33]

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO
= Kayta yksikkdon kiinnitettya laippamutteria.

= Levita kaasuvuodon estamiseksi kylmdainedljya VAIN laipan sisapuolelle. Kayta
R32:lle (FW68DA) tarkoitettua kylméaainedljya.

= Al3 kdyta haaroja uudelleen.

HUOMIO
= ALA kéyta mineraaliéljya laipoitettuun osaan.
= ALA kayt3 aiempien asennusten putkia uudelleen.

= ALA koskaan asenna kuivaajaa tdhan R32-yksikkdon, jotta sen kayttdika voitaisiin
taata. Kuivausaine saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

© @ 0P

HUOMIO
Ota seuraavat kylmaaineputkistoon liittyvat varotoimenpiteet huomioon:

= Valta kaiken muun kuin maaritetyn kylmaaineen sekoittumista kylmaainekiertoon
(esim. ilman).

= Kayta vain R32:ta, kun lisdat kylmaainetta.

= Kayta vain  R32-kylmaaineelle  tarkoitettuja  asennustyokaluja  (esim.
paineensaatomittari), jotka kestdvat painetta ja joiden avulla estetdan
epdpuhtauksien  (esim.  mineraalidljyjen ja  kosteuden) sekoittuminen
jarjestelmaan.

= Asenna putkisto niin, etta laippa El ole alttiina mekaaniselle rasitukselle.

= Al jata4 putkia valvomatta sijoituspaikalla. Jos asennusta ei tehdd 1 péivan
kuluessa, suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estadksesi lian, nesteen
tai polyn paasyn putkistoon.

= QOle varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi (katso kuva alla).

5 g A Y

X

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikko >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken paa

Sisayksikko Asennusajasta riippumatta litistamalla tai teipilla

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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HUOMIO

ALA avaa kylmaaineen sulkuventtiilid ennen kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun
kylmaainetta on lisattava, on suositeltavaa avata kylmaaineen sulkuventtiili tayton

jalkeen.

VAROITUS
Liita  kylmaaineputkisto kompressorin  kdynnistamistd. Jos

tukevasti ennen
kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa
kdynnissa, ilmaa imetdaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jaahdytyspiirissa, mika voi aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen ja jopa vammoja.

7.2.3 Kylmaaineputkiston liittdmisohjeita

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

= Voitele laipan sisdpinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat laippamutteria.
Kirista kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista kiristysta.

— v
RN
|
/

= Kayta aina 2 kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kdyta aina seka kiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin kiristamiseen, kun
litat putkia. Tama ehkaisee mutterin murtumista ja vuotoja.

a Momenttiavain
b Kiintoavain
¢ Putkiliitos
d Laippamutteri

Putkien koko (mm) | Kiristysmomentti | Laipan mitat (A) Laipan muoto

(Nem) (mm)
?6,4 15~17 8,779,1
9,5 33~39 12,8~13,2
7.2.4 Putken taivutusohjeet
Kaytda putkentaivutinta  taivutukseen.  Putkien taivutusten tulee olla

mahdollisimman loivia (taivutussateen tulee olla 30~40 mm tai suurempi).

Asentajan viiteopas
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7.2.5 Putken péaan laipoitus

HUOMAUTUS
= Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa kylmaainekaasun vuotoja.

= ALA kiyti laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja estamaan kylmaainekaasun
vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien
kaytto voi aiheuttaa kylméakaasun vuotoja.

Katkaise putken paa putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet leikattu pinta alaspain, jotta siruja ei paase putkeen.

a Leikkaa tarkasti suoriin kulmiin.
b Poista purseet.

Poista laippamutteri sulkuventtiilista ja aseta laippamutteri putkeen.

4 Llaipoita putki. Aseta tarkasti seuraavan kuvan nayttamaan asentoon.

2 jfe

Laipoitustyokalu Perinteinen laipoitustyokalu
R32:lle (kytkintyyppi) Kytkintyyppi Siipimutterityyppi
(Ridgid-tyyppi) (Imperial-tyyppi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Tarkista, ettd laipoitus on tehty oikein.
a 4 b
C

a Laipan sisdpinnan on oltava virheeton.
b Putken pdan on oltava tasaisesti laipoitettu taydelliseksi ympyraksi.
¢ Varmista, ettd laippamutteri on asennettu.

7.2.6 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttaminen

HUOMAUTUS
Ald avaa venttiileitd, ennen kuin laipoitus on valmis. Se voi aiheuttaa

kylmaainekaasuvuodon.

Sulkuventtiilin kdsitteleminen
Huomioi seuraavat ohjeet:
= Sulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Seuraava kuva nadyttaa sulkuventtiilin kasittelyyn tarvittavat osat.
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Huoltoportti ja huoltoportin hattu
Venttiilin kara

Putkiston liitanta

Karan hattu

Q. n T O

= Pidd molemmat sulkuventtiilit auki kayton aikana.
= ALA kayta liikaa voimaa venttiilin karaan. Venttiilin runko voi murtua.

= Kirista sulkuventtiili aina kiintoavaimella ja avaa tai kirista sitten laippamutteria
momenttiavaimella. ALA aseta kiintoavainta karan kannen paille, koska se voi
aiheuttaa kylmaainevuodon.

a Kiintoavain
b Momenttiavain

= Kun on oletettavissa, ettd kayttopaine on matala (esim. kun jaahdytysta
suoritetaan ulkoilman lampdtilan ollessa matala), tiivista kaasulinjassa olevan
sulkuventtiilin laippamutteria riittavasti silikonitiivisteella jaadtymisen estamiseksi.

Silikonitiiviste, varmista, etta aukkoja ei ole.

Sulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.
2 Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm, kaasupuoli: 6 mm) venttiiliin karaan ja
kierra venttiilin karaa:
3 Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm, kaasupuoli: 4 mm) venttiiliin karaan ja
kierra venttiilin karaa:

Avaa vastapaivaan
Sulje myotapaivaan

4 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
5 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt auki/kiinni.

Karan kannen kasittely
= Karan kansi on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta. ALA vahingoita sita.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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\

= Kirista karan kansi ja tarkista kylmdainevuotojen varalta sulkuventtiilin
kasittelemisen jalkeen.

Huoltokannen kasittely

= Kdytd aina tdyttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.

= Kiristd huoltoportin kansi ja tarkista kylmaainevuotojen varalta huoltoportin
kasittelemisen jalkeen.

Nimike Kiristysmomentti (N-m)

Huoltoportin kansi 11~14

7.2.7 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkdon

= Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Putkiston suojaus. Suojaa kenttdputkisto fyysisilta vaurioilta.

1 VYhdistd nestemdisen kylmdaineen liitdntd  sisdyksikosta  ulkoyksikon
nestesulkuventtiiliin.

l
l

c b

(

=

a Nesteen sulkuventtiili
b Kaasun sulkuventtiili
¢ Huoltoportti

2 Yhdistd kaasumaisen kylmaaineen liitanta sisdyksikosta ulkoyksikén kaasun
sulkuventtiiliin.

HUOMIO
On suositeltavaa, ettd sisayksikon ja ulkoyksikon valinen kylmaaineputkisto

asennetaan kanavaan tai etta kylméaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

7.3 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen

7.3.1 Tietoja kylmdaineputkiston liitantojen tarkistamisesta

Ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto on testattu tehtaalla vuotojen varalta.
Sinun taytyy tarkistaa vain ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto.

Ennen kylmaaineputkiston tarkistamista

Varmista, ettd kylmaaineputkisto on liitetty ulko- ja sisdayksikon valiin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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Tyypillinen tyonkulku

Kylmaaineputkiston tarkistus koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

2 Tyhjiokuivauksen suorittaminen kaiken kosteuden, ilman tai typen
poistamiseksi kylmaaineputkistosta.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi putkistoon on paassyt
vettd), suorita ensin alla olevaa alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus
on poistunut.

7.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistamisessa huomioitavaa

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= "2 Yleiset varotoimet" [» 5]

= "7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu" [» 33]

HUOMIO

Kayta 2-vaiheista takaiskuventtiililld varustettua tyhjiopumppua, joka voi tyhjentaa
manometripaineeseen -100,7 kPa (-1,007 bar) (5 absoluuttista torria). Varmista,
ettei Oljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan jarjestelmaan, kun pumppu ei ole
kaynnissa.

HUOMIO

Kayta tyhjiopumppua vain R32:ta varten. Saman pumpun kdyttdminen muiden
kylmdaineiden kanssa saattaa rikkoa pumpun ja yksikon.

HUOMIO

= Kytke tyhjiopumppu kaasusulkuventtiilin huoltoporttiin.

© @ ©

* Varmista, ettd kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili ovat hyvin kiinni, ennen
kuin suoritat vuototestin tai tyhjiokuivauksen.

7.3.3 Vuotojen tarkistaminen

HUOMIO
ALA ylita yksikén maksimitydpainetta (katso “PS High” yksikén nimikilvestd).

HUOMIO

Kayta aina suositeltua, tukkumyyjalta saatavaa kuplatestiliuosta.

= @

Al koskaan kayté saippuavetta:

" Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja
sulkuventtiilien suojusten murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisaltdd suolaa, joka imee kosteutta, joka jadtyy, kun putkisto
kylmenee.

= Saippuavesi sisdltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten
(messinkilaippamutterin ja kuparilaipan valissa) syopymista.

1 Téayta jarjestelma typpikaasulla, kunnes mittarin paine on vahintdan 200 kPa
(2 bar). On suositeltavaa paineistaa 3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen
loytamiseksi.

Asentajan viiteopas
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2
3

Tarkista jarjestelman kaikki putkiliitannat vuotojen varalta kuplatestiliuoksella.

Poista kaikki typpikaasu.

7.3.4 Alipainekuivauksen suorittaminen

'Z; VAARA: RAJAHDYSVAARA
L{é Al3 avaa sulkuventtiileitd, ennen kuin alipainekuivaus on valmis.

Liita tyhjiopumppu ja mittari seuraavasti:

1
2

P IR

:_| S| 0
-
9— = =
J

Alapainemittari
Mittariputki
Yldpainemittari
Matalapaineventtiili (Lo)
Korkeapaineventtiili (Hi)
Tayttoletkut
Alipainepumppu
Venttiilin suojukset
Huoltoportti

Kaasun sulkuventtiili
Nesteen sulkuventtiili

Rt = T0@ -n® Q0 T Q

Alipaineista jarjestelmad, kunnes mittarin paine osoittaa -0,1 MPa (-1 bar).

Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Niin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole kosteutta. Tama
toimenpide on valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta. Siirry
seuraavaan vaiheeseen.

Tyhjennd jarjestelmda vahintdan 2 tuntia tavoitealipaineeseen -0,1 MPa
(-1 bar).

Kun pumppu on kytketty pois paalta, tarkkaile painetta vahintdan 1 tunnin
ajan.

Jos jarjestelmd ei saavuta tavoitealipainetta tai ei pysty sailyttdmaan
alipainetta 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
* Suorita tyhjidkuivaus uudelleen.

HUOMIO
Muista avata  kaikki  sulkuventtiilit ~ kylmamaineputken asentamisen ja

tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen. Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit
kiinni voi rikkoa kompressorin.
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i @

TIETOJA

Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, ettd kylmaaineputkiston paine El
nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikon toimintaa.
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8 Kylmaaineen taytto

Tassa luvussa

8.1 Tietoja KyIME@INEEN HISAAMISESTE ... ..cuiieuiietieieie ettt ettt etttk st et s et s ekt e e st s et ent et e s e s e s e e eseeeeneeseneas 43
8.2 THETOJA KYIMEBINEESTA ..ttt sttt bt s sttt bkt h sttt 44
83 Kylmaaineputkiston liSdamiSeSSa NUOMIOITAVEE ... .euiieieieeiiiieieie ettt 45
8.4 Lisattavan kylmaaineen maaran MEGMTTEMINEN ...oooiiioiiiiiiee ettt ettt ettt es s 45

8.5 Tayden tayttOMEEraN MEGMTEANMINEN (.ot ettt r et a ettt e st r et es et s e r e et et enaneas 45
8.6 KYIMEAINEEN TISAAMINEN ..ottt ettt etttk e stk s ke s et s e e st e st e s st e s et ene et es e eseeeens 45
8.7 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran Korjaaminen ..o 46

8.1 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta

Ulkoyksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta erdissa tapauksissa seuraava
saattaa olla tarpeen:

Mika Milloin
Kylmaaineen lisdaminen Kun nesteputkiston kokonaispituus on

madritysta suurempi (katso alla).

Kylmé&aineen uudelleentayttd Esimerkki:

= Kun jarjestelmaa siirretaan.

= Vuodon jalkeen.

Kylmaaineen lisadaminen

Varmista ennen  kylmdaineen lisdamista, ettd  ulkoyksikon  ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

TIETOJA

[ ]
l Yksikoisté ja/tai asennusolosuhteista riippuen voi olla tarpeen liittda sahkojohdot
ennen kuin kylmaaine taytetdan.

Tyypillinen tydonkulku — Kylmaaineen lisdys koostuu tyypillisesti seuraavista
vaiheista:

1 Maaritetdan, taytyyko kylmaainetta lisata ja kuinka paljon.

2 Lisataan kylmdainetta tarvittaessa.

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja kiinnitetdan se
ulkoyksikon sisdpuolelle.

Kylmaaineen uudelleentdytto

Varmista ennen kylmaaineen uudelleentdyttda, ettd seuraavat asiat on tehty:

1 Kaikki kylm&aine on otettu talteen jarjestelmasta.

2 Ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja
tyhjiokuivaus).

3 Ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

HUOMIO
Ennen tdyttd tdydennysta suorita tyhjiokuivaus myos ulkoyksikon sisdiselle

kylmaaineputkistolle.
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Tyypillinen tyonkulku — Kylmdaineen uudelleentdyttd koostuu tyypillisesti
seuraavista vaiheista:

1 Maaritetdan, paljonko kylmdaainetta lisataan.
2 Kylmaaineen taytto.

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja kiinnitetaan se
ulkoyksikon sisdpuolelle.

8.2 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA pdasta kaasuja ilmakehaan.
Kylmaainetyyppi: R32
[Imaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maardykset voivat edellyttda sdannollisia tarkastuksia
kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja asentajalta.

@ VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmdaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS

= Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= A3 kidytad yksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteitd
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

>

VAROITUS

>

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritd
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etté jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS
Al koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa kylmé&ainetta. Seurauksena voi olla

vakava paleltumavamma.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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8.3 Kylmaaineputkiston lisdaamisessa huomioitavaa

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

i @

= "2 Yleiset varotoimet" [» 5]

= "7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu" [» 33]

8.4 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen

Jos nesteputkiston Silloin...
kokonaispituus on...
<10m ALA lis33 kylméaainetta.
>10 m R=(nesteputkiston kokonaispituus (m) — 10
m)x0,020

R=lisalataus (kg) (pyoristetdadn 0,01 kg:n
tarkkuudella)

TIETOJA

Putkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen pituus.

i @

8.5 Tayden tayttomaaran maarittaminen

TIETOJA

Jos tdysi tdyttd vaaditaan, kylmadaineen taysi tdyttomaara on: tehtaan
kylmaainetaytto (katso yksikon nimikilped) + maaritetty lisamaara.

i @

8.6 Kylmaaineen lisaaminen

VAROITUS
= Kaytd vain R32-kylmdaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rdjahdyksia ja

onnettomuuksia.

® R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA paista naita kaasuja ilmakeh&an.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

HUOMIO
Kompressorin rikkoutumisen ehkdisemiseksi ALA lisdd kylm&ainetta ilmoitettua

maaraa enemman.

Edellytys: Varmista ennen kylmaaineen tayttoa, ettd kylmaaineputkisto on liitetty
ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjiokuivaus).

1 Liitd kylmaainesylinteri huoltoporttiin.

2 Tayta lisamaara kylmaainetta.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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8 | Kylmaaineen taytto

3 Avaa kaasusulkuventtiili.

Jos poispumppaus vaaditaan jarjestelman purkamista tai siirtdmista varten, katso
lisatietoja kohdasta "16.2 Poispumppaus" [» 64].

8.7 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains i gases a
ROX 0 T
————— GWP: XXX
P -
0 0+0= |kg —d
GWP GWP xkg _|

oo | tCOeq-— e

a

Jos yksikon mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnita se kohdan a paalle.
Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikon nimikilpi

Lisatyn kylméaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen kasvihuonekaasujen maara
ilmoitettuna CO,-ekvivalenttitonneina.

GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdaadantd edellyttas,

kylmdaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

oD n T

-

ettd yksikon

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo

X
kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmdaineen madratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisdpuolelle lahelle kaasu- ja nestesulkuventtiileita.

Asentajan viiteopas
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9 Sahkoasennus

Tassa luvussa

9.1 Tietoja SAhKOJONTOJEN [HTTAMISESTA .. .cviuieeiietiiee ettt ettt ettt n et s e s e s 47
9.1.1 Varotoimet séhkojohtoja kytkettdessa. 47
9.1.2 Ohjeet sahKGJONTOJEN KYTKEMISEEN ....cuiiieiiii ettt 49
9.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset ROt ..........cociiiiiiiieece e 51
9.2 Ulkoyksikdn sahkOjontojen THEEEMINEN ......ciiiiiie ettt ettt ettt 51
9.1 Tietoja sahkdjohtojen liittamisesta
Tyypillinen tyonkulku
Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Varmistetaan, etta virtalahde vastaa kaikkia yksikdiden sahkomaarityksia.
2 Ulkoyksikon sahkojohtojen liittaminen.
3 Sahkojohtojen liittdminen sisdyksikkoon.
4 Pdavirransyoton liittaminen.
9.1.1 Varotoimet sdahkojohtoja kytkettdessa
é VAARA: SAHKOISKUN VAARA
VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Kaikki sahkdosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran virtaldhteestd. ALA kosketa
niita paljain kasin.
VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Irrota virransyottd vahintdaan 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimista tai sdhkdosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
taytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sdhkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.
b c def
| || —]
He o w9
dégf@[.l:l & °§=.
=©<g[| 210
{®, CL g e
DC+ o o (M e m b |°
= C ] nle
BT RS 0
h
0
o —a
a Yleismittari (tasavirtajannitealue)
b S80 - suunnanvaihtomagneettiventtiilin lyijyvaippajohdin
¢ S70—puhallinmoottorin lyijyvaippajohdin
d LED
e S90 - termistorin paajohdin
f S20 - elektronisen paisuntaventtiilin paajohdin
g S40-lamporeleen padjohdin
h DB1—diodisilta
RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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ﬁ VAROITUS
= Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on

taytettdva sovellettavat kansalliset kytkentamaaraykset.
= Tee sahkaliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannén maaraykset.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

TIETOJA

Lue my0s varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [ 5].

-] B>

TIETOJA

Lue myos "9.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 51].

i @

VAROITUS

>

= Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkdjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA kdytd teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitdnt6ja tahtijarjestelmastsd. Ne
voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikéssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentda suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta, jossa katkojan karkivali on
vahintdan 3 mm ja joka tarjoaa tayden katkaisun ylijanniteluokassa IlI.

VAROITUS

Jos virransydttéjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan patevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

VAROITUS

Al3 liita virtalahdetta sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

VAROITUS

= Al4 kayta paikallisesti ostettuja sdhkdosia tuotteen sisalla.

>B> B P

= Al haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd riviliittimestid. Se saattaa
aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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VAROITUS
Pida yhteiskytkentdjohto etaalla kupariputkista, joita ei ole lampderistetty, silla ndma

putket tulevat hyvin kuumiksi.

9.1.2 Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraavat seikat mielessa:

HUOMIO
On suositeltavaa kayttaa yksisaikeisia johtoja. Jos kadytetdan monisaikeisia johtoja,

kierra saikeitd hieman johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litantapinteessa tai asetettavaksi pyoreaan kutistusliittimeen.

Monisaikeisen johtimen valmistelu asennusta varten
Tapa 1: Johtimen kiertaminen
1 Kuorieriste (20 mm) johdosta.

2 Kierrd johtimen paata hieman yksisaikeisen kaltaisen liitannan luomiseksi.

w

.

U

.

Tapa 2: Pyoredn kutistusliittimen kayttaminen
1 Kuori eriste johtimista ja kierra jokaisen johtimen paata hieman.

2 Asenna pyored kutistusliitin johtimen padhan. Aseta pyored kutistusliitin
johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

O

iF , )
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Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

kaltaiseksi liitannaksi

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
i :
A @At C_@
Monisdikeinen johto |
kierretty yksisdikeisen 1 4 a

a Kierretty johto (yksisdikeinen tai kierretty
monisaikeinen johto)

b Ruuvi

c Littea aluslaatta

Kerrattu johdin pyorealla
kutistusliittimella

a Liitin

b Ruuvi

c Litted aluslaatta
Vv Sallittu

X El sallittu

Kiristysmomentit

Nimike Kiristysmomentti (Nem)

M4 (X1M) 1,5~1,6

M4 (maa) 1,4~1,5

= Maadoitusjohdon taytyy olla muita johtimia pidempi johdinpitimen ja riviliittimen

valissa.
1-3
D

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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9.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

Komponentti
Virransyottokaapeli Jannite 220~240V

Nykyinen RXA20: 9,88 A
RXA25: 11,17 A
RXA35: 12,29 A
RXM20: 8,84 A

ARXM25 / RXM25: 9,63 A

ARXM35 / RXM35: 9,70 A

Vaihe 1~

Taajuus 50 Hz

Johtojen koot Kansallisia kytkentamaarayksia
tulee noudattaa

3-johdinkaapeli

Johdon koko virran mukaan
mutta ei alle 2,5 mm?

Yhteiskytkentakaapeli |Jannite 220~240V
(sisayksikko<>ulkoyksik
ko)

Johdon koko Kaytd vain yndenmukaistettua
johtoa, jossa on kaksoiseristys ja
joka sopii kaytettadvalle
jannitteelle

4-johdinkaapeli

Vahintdan 1,5 mm?

Suositeltu virtakytkin Luokka 20: 10 A
Luokka 25+35: 13 A

Maavuotokatkaisin/vikavirtasuojakytkin Kansallisia kytkentamadarayksia
tulee noudattaa

9.2 Ulkoyksikdn sahkojohtojen liittaminen

1 Irrota huoltokansi. Katso "6.2.2 Ulkoyksikén avaaminen" [» 29].

2 Kuori eriste (20 mm) johdosta.
ae=-va
v X

a Kuorijohto tahan pisteeseen asti
b Liian pitkalta matkalta kuoriminen voi aiheuttaa sahkoiskun tai vuodon

3 Avaa johdinpidike.

4 Liita yhteiskytkentdkaapeli ja virransyotto seuraavasti:

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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50 Hz
220-240 V

Yhteiskytkentakaapeli
Virransyottokaapeli
Suojakatkaisin
Vikavirtasuoja
Virtaldhde

Maadoitus

-0 QO n T QO

5 Kirista liitinruuvit kunnolla. On suositeltavaa kdyttda ristipadruuvitalttaa.

6 Asenna huoltokansi.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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10 Ulkoyksikon asennuksen viimeistely

10.1 Ulkoyksikon asennuksen viimeistely

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Varmista, etta jarjestelma on maadoitettu kunnolla.

= Katkaise virransyotto ennen huoltoa.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyoton kytkemista paalle.

HUOMIO
On suositeltavaa, etta sisdyksikon ja ulkoyksikon valinen kylmaaineputkisto

asennetaan kanavaan tai etta kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

1 Erista ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

a Kaasuputki

b Kaasuputken eristys

¢ Yhteiskytkentakaapeli
d Kenttajohdotus (jos on)
e Nesteputki

f Nesteputken eristys

g Eristysnauha

2 Asenna huoltokansi.

10.2 Ulkoyksikon sulkeminen

HUOMIO
Kun suljet ulkoyksikén kantta, varmista, etta kiristysmomentti ei ylitd arvoa 1,3 Nem.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
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11 Maaritys

11.1 Laitetila-asetus

Kayta tata toimintoa jadhdytykseen alhaisessa ulkolampotilassa. Tama toiminto on
suunniteltu laitetiloja, kuten tietokonesalien laitteita, varten. ALA KOSKAAN kayta
sitd asuintiloissa tai toimistoissa, joissa on ihmisia.

Koskee seuraavia: RXM-R9, ARXM-R9, RXA-A9

11.1.1 Laitostilan asettaminen

Piirilevyn hyppyjohtimen J6 katkaiseminen laajentaa toiminta-alueen aina —15°C
asteeseen asti. Laitetila pysdhtyy, jos ulkoilman lampétila laskee alle —-20°C
asteeseen, ja kdynnistyy uudelleen, kun lampétila nousee.

Hyppyjohtimen J6 katkaiseminen

1 Irrota ulkoyksikdn ylakansi.

2 Irrota etulevy.

3 Irrota pisarasuojakansi.

4

Katkaise ulkoyksikdn piirilevyn hyppyjohdin J6.

TIETOJA

= Sisdyksikkd voi tuottaa jaksoittaista danta, joka johtuu ulkoyksikon tuulettimen
kaynnistymisesta ja sammumisesta.

i @

Al sijoita laitetila-asetuksia kaytettdessd huoneisiin ilmankostuttimia tai muita
esineitd, jotka saattavat lisatd ilmankosteutta.

Hyppyjohtimen J6 katkaiseminen asettaa sisayksikon tuulettimen suurimpaan
nopeuteen.

Al kayta titd asetusta asunnoissa tai toimistoissa, joissa on ihmisia.

11.2 Valmiustilatoiminto

11.2.1 Tietoja valmiustilatoiminnosta

Tama tila katkaisee ulkoyksikdn virransyoton ja asettaa sisdyksikon valmiustilaan
yksikon virrankulutuksen vahentamiseksi.

Tama tila koskee ainoastaan ulkoyksikoitda: ARXM-R9, RXM-R9 ja sisdayksikoita:
FTXM, ATXM, FVXM.

Asentajan viiteopas
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TIETOJA

Valmiustilaa voidaan kayttaa vain ylla kuvatuissa yksikoissa.

VAROITUS
Varmista ennen liittimen kytkemista tai irrottamista, etta virransyotto on katkaistu.

TIETOJA

Valmiustilan valintaliitin tarvitaan, jos liitetaan jokin muu kuin soveltuva sisayksikko.

i @

i

11.2.2 Valmiustilatoiminnon ottaminen kayttéon

Edellytys: Paavirtakytkimen taytyy olla pois paalta.
1 lIrrota huoltokansi.

2 Kytke irti valmiustilan valintaliitin.
o(Iellele gigigig _\
® ®

&

& 4 [® ® D4 P ®

3 Kaanna paavirtakytkin paalle.
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12 Kayttoonotto

HUOMIO
Yleinen kdyttéonoton tarkistuslista. Taméan luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttoonoton tarkistuslista tdydentda taman luvun ohjeita, ja sitd
voittaan kayttdaa ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttajalle
luovutuksen aikana.

Tassa luvussa

12.1  Kayttoonottoa koskevia VarotoiMENPItEITA ........cooiiieiiiiietiet ettt ettt ettt 56
122 Tarkistuslista ennen kdyttoonottoa 56
12.3  Tarkistuslista kayttoonoton aikana 57
12,4 KOEKEYLON SUOTTTEAMINMEIN ...ttt ettt st s et st s et s ettt e st es et et e s e ssesens 57
12.5  UIKOYKSIKON KAYNNISTAMINMEN 1.ttt ettt b ettt s ettt et en et e eens 58

12.1 Kayttoonottoa koskevia varotoimenpiteita

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

Koekdyttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisayksikko toimii.
Sisayksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédnmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

Koekayton aikana ulko- ja sisdyksikot kaynnistyvat. Varmista, ettd kaikkien
sisayksikoiden valmistelut on tehty (kenttdputkisto, sahkdkytkenndt, ilmanpoisto
jne.). Katso lisatietoja sisdyksikdiden asennusoppaasta.

12.2 Tarkistuslista ennen kayttédnottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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3 Kaynnista yksikkd.

Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikké on kiinnitetty oikein.

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.

Virransyoton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran jannitearvoja.

Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita sahkoisia komponentteja.

Sisa- ja ulkoyksikon sisalla El ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylmaainevuotoja El ole.

Kylm3aineen putket (kaasu ja neste) on lampoeristetty.

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein eristetty.

Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat kokonaan auki.

Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu tdman asiakirjan ja sovellettavien lakisdateisten
maardysten mukaisesti ulkoyksikon ja sisayksikon valilla.

OF oo oy ooy oo

Vedenpoisto
Varmista, ettd vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: Kondenssivetta saattaa tippua.

L]

Sisdyksikko vastaanottaa kdyttoliittyman signaalit.

[l

Madritettyjd johtoja kdytetaan yhteiskytkentdjohtoon.

L]

Sulakkeet, virtakytkimet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on asennettu taman
asiakirjan mukaisesti, eika niita ole ohitettu.

12.3 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

L]

llmanpoiston suorittaminen.

]

Koekayt6n suorittaminen.

12.4 Koekaytdn suorittaminen

Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylld alueella.

Edellytys: Koekayttd voidaan suorittaa jadhdytys- tai lammitystilassa.

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisayksikon kayttdoppaan mukaisesti sen
varmistamiseksi, ettd kaikki toiminnot ja osat toimivat kunnolla.

1

Valitse jadhdytystilassa alin ohjelmoitava l[ampotila. Valitse [ammitystilassa ylin
ohjelmoitava lampotila. Koekayttd voidaan tarvittaessa poistaa kaytosta.

Kun koekdyttd on pdattynyt, aseta lampotila normaalille tasolle. Jadhdytystila:
26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

Jarjestelma lakkaa toimimasta 3 minuuttia yksikdn sammuttamisen jdlkeen.
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TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

i @

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun tilan kayttoa jatketaan.

12.5 Ulkoyksikon kaynnistaminen

Katso sisayksikon asennusoppaasta maaritykset ja jarjestelman kayttéonotto.
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13 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttaja
ymmartaa seuraavat asiat selkedasti:

Varmista, ettd kayttajalld on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta sdilyttdmaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttdjalle, ettd taydellinen dokumentaatio |0ytyy
aiemmin tassa oppaassa ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

Selita kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetdan oikein ja mita ongelmatilanteissa
voi tehda.

Naytd kayttadjalle mitd toimia hdanen on tehtdva yksikdn kunnossapitoa varten.

Selita kayttajalle kayttdoppaassa kuvatut energiansaastovinkit.
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14 Kunnossapito ja huolto

®

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

®

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdadanto vaatii, etta yksikon
kylmdaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttémaara [kg] / 1000

14.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista:
= Kunnossapidon varotoimet

= Ulkoyksikdn vuosittainen kunnossapito

14.2 Kunnossapidon varotoimet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

HUOMIO: Sdhkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotoita, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkon poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

> o b P

VAROITUS

* Ennen kuin suoritat mitadn kunnossapito- tai korjaustoimenpidettd, varmista
AINA, ettd virtakytkin sahkotaulussa on kaannetty pois paaltd, sulakkeet on
irrotettu tai ettd yksikon suojalaitteet on avattu.

= ALA kosketa jannitteisid osia 10 minuuttiin  virran katkaisun jilkeen
suurjannitevaaran takia.

® Huomaa, ettd erdat sahkdosarasian osat ovat kuumia.
® VARO koskettamasta sahkoa johtavaa osaa.

= ALA huuhtele yksikkda. Se voi aiheuttaa sahkaiskun tai tulipalon.

14.3 Ulkoyksikon vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat vahintaan kerran vuodessa:
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= Ldmmonvaihdin

Ulkoyksikdn [dmmonvaihdin voi tukkiutua polyn, lian, lehtien jne. takia. On
suositeltavaa, ettd lammonvaihdin  puhdistetaan vuosittain. Tukkiutunut
[dmmoénvaihdin  voi johtaa liian alhaiseen paineeseen tai lilan korkeaan
paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

14.4 Tietoja kompressorista

Pida seuraavat varotoimet mielessd, kun huollat kompressoria:

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Kayta tata kompressoria vain maadoitetussa jarjestelmassa.

= Kiinnita kytkinrasian kansi ja huoltokansi takaisin huollon jalkeen.

HUOMAUTUS

Kayta AINA suojalaseja ja suojakasineita.

= Katkaise virta ennen kompressorin huoltamista.

@ VAARA: RAJAHDYSVAARA
L: = Kayta putkileikkuria kompressorin irrottamiseen.

= Al kdyta puhalluslamppua.

= Kayta vain hyvaksyttyja kylmaaineita ja voiteluaineita.

ALA kosketa kompressoria paljain kasin.

if VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
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15 Vianetsinta

15.1 Yleiskuvaus: Vianetsinta

Tama luku kuvaa mitd on tehtava ja tiedettdva ongelmatilanteissa.

Se sisdltad tietoja ongelmien ratkaisusta oireiden perusteella.

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikdon perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi selvia vikoja, kuten
loysia liitantdja ja viallisia johtoja.

15.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

VAROITUS
= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, ettd yksikké on irrotettu

verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

= Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vieldkadn saa selville vian syyta, soita jdlleenmyyjallesi.

VAROITUS
Valtd vaarat vahingossa tapahtuvan lampo6suojan nollaamisen varalta: tahan

laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sitd saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

15.3 Ongelmien selvittaminen oireiden perusteella

15.3.1 OQire: Sisayksikot putoavat, tarisevat tai pitavat aanta

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Sisayksikoitad ei ole asennettu tukevasti. | Asenna sisdyksikot tukevasti.

15.3.2 OQire: Yksikko El lammita tai jadhdytd odotetusti

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Sahkojohtojen vaara liittdminen Liitd sahkojohdot oikein.
Kaasuvuoto Tarkista kaasuvuotojen varalta.
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
62 R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet

4P519439-12W - 2022.11



15 | Vianetsinta

15.3.3 Oire: Vesivuoto

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Puutteellinen lampderistys (kaasu- ja Varmista, ettd putkien ja
nesteputket, tyhjennysletkun jatkeen tyhjennysletkun lampoeristys on
sisatiloissa olevat osat). taydellinen.
Virheellisesti liitetty tyhjennys. Varmista tyhjentyminen.
15.3.4 OQire: Sahkdévuoto
Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Yksikkoa ei ole maadoitettu oikein. Tarkista ja korjaa maadoitusjohdon
litanta.
15.3.5 OQire: Yksikko ei toimi tai palovaurio
Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Johdotuksia ei ole tehty teknisten Korjaa johdotus.
tietojen mukaisesti.

15.4 Vianmaaritys ulkoyksikon piirilevyn LED-valojen avulla

Virransyottovika.

LED on... Vianmaaritys
{K vilkkuu Normaali.
= Tarkista sisayksikko.

Lt PAALLA = Sammuta virta ja kytke se uudelleen. Tarkista sitten
LED noin 3 minuutin kuluessa.
Jos LED-valo palaa taas, ulkoyksikon piirilevy on
viallinen.

o POIS 1 Syottojannite (virransaastoa varten).

3 Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Tarkista sitten

LED noin 3 minuutin kuluessa.

Jos LED-valo sammuu uudelleen, ulkoyksikon

piirilevy on viallinen.

A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

* Kun vyksikk6 ei ole toiminnassa, piirilevyn LED-valot on sammutettu virran

saastamiseksi.

= Riviliittimessa ja piirilevyssa saattaa olla virtaa, vaikka LED-valot eivat pala.
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16 Havittaminen

HUOMIO
ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantod. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa késittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.

16.1 Yleiskuvaus: Havittaminen

Tyypillinen tyonkulku

Jarjestelman havittaminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Jarjestelmén tyhjentaminen.
2 Jarjestelman vieminen erikoistuneeseen kasittelylaitokseen.

TIETOJA

[ ]
l Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

16.2 Poispumppaus

Esimerkki: Ympariston suojelemiseksi tyhjenna yksiko, kun siirrat tai havitat sita.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

&= Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmdaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kdytd yksikdn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmasta ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

HUOMIO
Pysdyta poispumppaustoiminnon aikana kompressori ennen kuin poistat

kylmaaineputkia. Jos kompressori on yha kdynnissa ja pysaytysventtiili on auki
poispumppauksen aikana, ilmaa imetdan jarjestelmaan. Epanormaali paine
kylmdainejakson aikana voi aiheuttaa kompressorin rikkoutumisen ja jarjestelman
vahingoittumisen.

Pumpun alasajo vetaa pois kaiken kylmaaineen jarjestelmastd ulkoyksikkdon.
1 Irrota nesteen ja kaasun sulkuventtiilien suojukset.

2 Suorita pakkojaahdytys. Katso "16.3 Pakotetun jadhdytyksen aloittaminen ja
pysdyttaminen" [» 65].

3 5-10 minuutin kuluttua (jo 1-2 minuutin kuluttua, jos ulkolampdtila on
erittdin matala (alle <-=10°C)), sulje nesteen sulkuventtiili kuusioavaimella.

Tarkista jakotukista, onko alipaine saavutettu.

Sulje 2—3 minuutin kuluttua kaasun sulkuventtiili ja lopeta pakkojdahdytys.
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a Kaasun sulkuventtiili
b Sulkemissuunta

¢ Kuusiokoloavain

d Venttiilin suojus

e Nesteen sulkuventtiili

16.3 Pakotetun jaahdytyksen aloittaminen ja pysayttaminen

Pakkojaahdytys voidaan suorittaa 2 tavalla.
= Tapa 1. Kayttamalla sisayksikon ON/OFF-kytkinta (jos sisayksikossa on sellainen).
= Tapa 2. Kayttamalla sisdyksikon kayttoliittymaa.

16.3.1 Pakkojadhdytyksen kdynnistaminen ja pysayttaminen kayttamalla sisdyksikon ON/OFF-
kytkinta

1 Paina sisayksikon ON/OFF-kytkintad vahintaan 5 sekunnin ajan.
Tulos: Toiminta kdynnistyy.

TIETOJA

Pakkojaahdytys pysdhtyy automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

i

2 Voit lopettaa toiminnan nopeammin painamalla ON/OFF-kytkinta.

16.3.2 Pakkojaahdytyksen kdaynnistaminen ja pysayttaminen kdyttamalla sisdyksikon
kayttoliittymaa

1 Aseta toimintatilaksi jadhdytys. Katso sisdyksikon asennusoppaan kohta
Koekayton suorittaminen.

Huomautus: Pakkojadhdytys pysahtyy automaattisesti noin 30 minuutin
kuluttua.

2 Voit lopettaa toiminnan nopeammin painamalla ON/OFF-kytkinta.

TIETOJA

Jos kaytetaan pakkojaahdytysta ja ulkolampétila on <-10°C, turvalaite saattaa estaa
toiminnan. Lammita ulkoyksikon ulkolampotilan termistori vahintdan >-10°C
[dmpoiseksi. Tulos: Toiminta kaynnistyy.

i
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17 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-

sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business

Portal (todentaminen vaaditaan).

17.1 Kytkentakaavio

Kytkentakaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee ulkoyksikon

sisdpuolella (yldlevyn alapuoli).

17.1.1 Yhdistetty kytkentakaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikon kytkentdkaaviossa. Osat on
numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa jarjestyksessd, ja numerointi
esitetddn alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

OUTDOOR

Symboli Selitys Symboli  |Selitys
__“__ |Suojakatkaisin D Suojamaadoitus
e
—5
- Liitanta Suojamaadoitus (ruuvi)
ea<eaf} | Ljitin ®, Tasasuuntain
+ Maadoitus - Releliitin
H W W-: |Kenttdjohdotus '@ Oikosulkuliitin
== |sulake - Liitin
L\L Sisdyksikkd 0O | Riviliitin
ﬂy_\L Ulkoyksikkd o e Johdinpidin

-

Vikavirtasuoja

Symboli Vari Symboli Vari

BLK Musta ORG Oranssi

BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen
BRN Ruskea PRP, PPL Purppura

GRN Vihred RED Punainen

GRY Harmaa WHT Valkoinen

SKY BLU Taivaansininen YLW Keltainen
Symboli Selitys

A*P Piirilevy

BS* Painike PAALLA/ POIS, kéyttokytkin
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Symboli Selitys

BZ, H*O Summeri

C* Kondensaattori
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, | Liitant, liitin
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,

K*R_*, NE

D*, V*D Diodi

DB* Diodisilta
DS* DIP-kytkin
E*H Lammitin
FU*, F*U, (katso ominaisuudet yksikon | Sulake

sisalld olevasta piirilevysta)

FG* Liitin (rungon maa)

H* Johdinsarja

H*P, LED*, V*L Merkkivalo, valodiodi

HAP LED (huoltomonitori, vihrea)
HIGH VOLTAGE Suurjannite

IES Intelligent Eye -anturi

IPIM* Alykas virtamoduuli

K*R, KCR, KFR, KHuR, K¥*M Magneettirele

L Jannitteinen

L* Kierukka

L*R Reaktori

M* Askelmoottori

M*C Kompressorin moottori
M*F Tuuletinmoottori

M*p Tyhjennyspumpun moottori
M*S Kaantdmoottori

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele

N Nolla

n=*, N=* Kiertojen maara ferriittisydamen lapi
PAM Pulssiamplitudimodulaatio
PCB* Piirilevy

PM* Virtamoduuli

PS Paavirran kytkenta

PTC* PTC-termistori

Q* Eristehilatransistori (IGBT)
Q*C Suojakatkaisin

Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin
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Symboli Selitys

Q*L Ylikuormasuoja

Q*M Lampokytkin

Q*R Vikavirtasuoja

R* Vastus

R*T Termistori

RC Vastaanotin

S*C Rajakytkin

S*L Uimurikytkin

S*NG Kylmé&ainevuodon ilmaisin

S*NPH Paineanturi (korkea)

S*NPL Paineanturi (matala)

S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)

S*PL Painekytkin (matala)

S*T Termostaatti

S*RH Kosteusanturi

S*W, SW* Kayttokytkin

SA*, F1S Ylijannitesuoja

SR*, WLU Signaalin vastaanotin

SS* Valintakytkin

SHEET METAL Kytkentariman kiinted levy

T*R Muuntaja

TC, TRC Lahetin

V*, R*V Varistori

V*R Diodisilta, eristehilatransistorin (IGBT)
virtamoduuli

WRC Langaton kaukosaddin

X* Liitin

X*M Riviliitin (lohko)

Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin kdami

Y*R, Y*S Kaanteinen magneettiventtiilin kierukka

Z*C Ferriittisydan

ZF, Z*F Kohinasuodatin

Asentajan viiteopas

68

P DAIKIN

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split -jarjestelman ilmastointilaitteet
4P519439-12W - 2022.11



18 | Sanasto

18 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittdminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kdyttooppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
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