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1 | DokGmanlar hakkinda

1 DokUmanlar hakkinda

1.1 Bu dokUman hakkinda

UYARI
Kurulum, servis, bakim, onarim ve uygulamali malzemelerin Daikin talimatlarini

("Dokiimantasyon setinde" listelenen tiim belgeler dahil) izlediginden ve ek olarak
ilgili mevzuata uygun oldugundan ve yalnizca kalifiye kisiler tarafindan yapildigindan
emin olun. Avrupa ve |IEC standartlarinin uygulanacagi bolgelerde EN/IEC 60335-2-40
uygulanabilir standarttir.

Hedef kitle

Yetkili montorler

. BILGI
l Bu belge sadece dis tiniteye 6zgii montaj talimatlarini agiklar. i¢ Ginitenin montaji igin

(ic Unite montaji, sogutucu borularinin i¢ Uniteye baglanmasi, elektrik kablolarinin i¢
Uniteye baglanmasi ...), i¢ Gnitenin montaj kilavuzuna bakin.

Dokiimantasyon seti
Bu dokliman bir dokiimantasyon setinin pargasidir. Tam set sunlardan olusur:
= Genel giivenlik dnlemleri:
- Montajdan dnce okumaniz GEREKEN givenlik talimatlari
- Format: Kagida basil (dis Gnite kutusundan cikar)
= Dig linite montaj kilavuzu:
- Montaj talimatlari
- Format: Kagida basih (dis Gnite kutusundan gikar)
= Montér basvuru kilavuzu:
- Montaj hazirhgl, referans verileri, ...

- Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde bulabilirsiniz.
Modelinizi bulmak icin Q arama isglevini kullanin.

Verilen doktUmanlarin en son sirimleri bolgesel Daikin web sitesinde bulunabilir
veya saticiniz aracihgiyla edinilebilir.

Daikin web sitesinde UrlnlnUz hakkinda daha fazla bilgiyi ve tam dokiimantasyon
setini bulmak icin asagidaki QR kodu tarayin.

ARXM-R9
P

E - .

Orijinal dokiimantasyon ingilizce yazilmistir. Diger tim diller tercimedir.

Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel
erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kimesine Daikin Business Portal Gzerinden ulasilabilir
(kimlik denetimi gerekir).

Montor basvuru kilavuzu
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

2 Genel guvenlik 6nlemleri

2.1 DokUmanlar hakkinda

= Orijinal dokiimantasyon ingilizce yaziimistir. Diger tim diller tercimedir.

= Bu doklimanda aciklanan onlemler, cok 6nemli hususlari kapsamaktadir, bu
nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montér basvuru kilavuzunda aciklanan sistem montaji ve tim
faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan yerine GETIRILMELIDIR.

2.1.1 Uyari ve simgelerin anlamlari

TEHLIKE

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari gésterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Elektrik carpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Asir yiksek veya asiri dustk sicakliklar nedeniyle yanmaya/haslanmaya neden
olabilecek durumlari gosterir.

> B> P

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol agabilecek durumlari gosterir.

UYARI

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gésterir.

UYARI: YANICI MADDE

iKAZ

Klclk veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuclanabilecek durumlari gosterir.

DIiKKAT

Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

BiLGi

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

-1 o B B P

Unitede kullanilan semboller:

Simge Aciklama

I::I—_i] Montajdan 6nce montaj ve kullanim kilavuzu ve kablo tesisati
talimat sayfasini okuyun.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

Simge Aciklama

@ Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden nce servis

kilavuzunu okuyun.

|I|| Daha fazla bilgi icin montor ve kullanici basvuru kilavuzuna

bakin.

‘ﬁ Unite doéner parcalar icerir. Unitede onarim ya da denetim
yaparken dikkatli olun.

Doklmantasyonda kullanilan semboller:

Simge Aciklama
Bir sekil bashgini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "& 1-3 Sekil bashg" "Bslim 1'de Sekil 3" anlamina
gelir.
@ Bir tablo baslgini veya buna bir basvuruyu gosterir.

Ornek: "m 1-3 Tablo bashg" "Bolim 1'de Tablo 3" anlamina
gelir.

2.2 Montoricin

2.2.1 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi veya calistiriimasi gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

= Calisma sirasinda veya galismadan hemen sonra sogutucu akiskan borularina, su
borularina ve dahili parcalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu pargalar ¢cok sicak veya
¢ok soguk olabilir. Normal oda sicakligina dénmesi icin bekleyin. MUTLAKA
dokunmaniz gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

UYARI

Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya baglanmasi elektrik carpmasina, kisa
devreye, sizintilara, yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir. YALNIZCA
Daikin tarafindan Uretilen veya onaylanan aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek
parcalari kullanin.

UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin kilavuzlarinda agiklanan
talimatlardan 6ncelikli olarak) ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.

ZAN
A
A
A

UYARI

Ozellikle cocuklarin  OYNAMAMASI i¢in, ambalajdan c¢ikan naylon torbalari
parcalayarak ¢ope atin. Olasi sonug: bogulma.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split sistem klimalar
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

2.2.2 Montaj sahasl

UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek igin
gerekli 6nlemleri alin. Kigtk hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

iKAZ
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari gerceklestirirken uygun kisisel

koruyucu malzeme ve ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

iKAZ

Unitenin hava girisine veya aliminyum kanatlarina KESINLIKLE dokunmayin.

IKAZ
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE ¢cikmayin, oturmayin ve basmayin.

DIiKKAT

Su girisinin 6nlenmesi icin, dis Unitedeki calismalarin kuru hava kosullarinda
gerceklestirilmesi daha uygundur.

© BB B P

llgili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalari, test sonuclari,
bekleme sureleri... hakkinda bilgiler iceren bir kayit defterinin Urlnle birlikte
tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagida siralanan bilgiler Grinin kolayca erisilebilen bir yerinde
TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri
= {lgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon numaralari

Avrupa icin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda belirtilmistir.

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk birakin.

= Montaj sahasinin Unitenin agirligina ve titresimine dayanabileceginden emin
olun.

ilgili alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma acikliklarini
KAPATMAYIN.

= Unitenin diiz durdugundan emin olun.
Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik  dalgalar  yayan makinelerin bulundugu  ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanin ariza
yapmasina neden olabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacaklari, karbon fiberi, tutusabilir
tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

Montor basvuru kilavuzu
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

= Korozif gazlarin (6rnek: sulfurik asit gazi) bulundugu ortamlar. Bakir borularin
veya lehimlenmis parcalarin korozyonu sogutucu akiskan kagaklarina neden

olabilir.

R32 sogutucu kullanan ekipmanlar igin talimatlar

/a\

UYARI: HAFiF YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz c¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve sirekli calisan atesleme
kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli
isitict) bulunmadigi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda buyuklGgl asagida
belirtildigi gibi olmalidir.

UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim islerinin Daikin'nin talimatlarina ve ilgili mevzuata
uygun oldugundan ve YALNIZCA yetkili kisilerce yuruttldigiinden emin olun.

> B> B PP

UYARI

Bir veya daha fazla oda, bir kanal sistemi kullanilarak Gniteye bagh ise, sunlardan
emin olun:

= zemin alaninin minimum zemin alani A (m?)'den daha az olmasi durumunda
calisan atesleme kaynaklari (6rnegin: acik alevler, calisan bir gaz cihazi veya
calisan elektrikli isitict) yoktur.

= potansiyel bir atesleme kaynagi olabilecek hicbir yardimci cihaz, kanal tesisatinin
icine monte edilmemistir (6rnek: 700°C'yi asan sicakliga sahip sicak ylzeyler ve
elektrik anahtarlama cihazi);

= Kanal calismasinda sadece Uretici tarafindan onaylanan yardimci cihazlar
kullanilmistir;

= hava girisi VE cikisi kanal sistemi ile dogrudan ayni odaya baglaniyor. Hava giris
veya cikisl icin asma tavan gibi bosluklari bir kanal olarak KULLANMAYIN.

A

UYARI
= Sogutucu borularinda asiri titresim veya sarsintidan kaginmak icin dnlemler alin.

= Koruma cihazlari, borular ve baglanti parcgalarini olumsuz cevresel etkilere karsi
mimkin oldugunca koruyun.

= Uzun boru hatlarinin genlesmesi ve blzismesi icin yer saglayin.

= Sogutma sistemlerinde borulari, hidrolik sokun sisteme zarar verme olasiligini en
aza indirecek sekilde tasarlayin ve monte edin.

= j¢c mekan ekipman ve borularini, hareketli mobilya veya yeniden yapim faaliyetleri
gibi olaylarda ekipman veya borularin yanlislikla yirtilmayacagi sekilde givenli bir
sekilde monte edin ve koruyun.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split sistem klimalar
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

iKAZ
Sogutucu kagaklarini ararken veya tespit etmek icin potansiyel atesleme kaynaklarini

KULLANMAYIN.

DIKKAT
= Daha once kullaniimis olan baglantilari ve bakir contalari tekrar KULLANMAYIN.

® Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda vyapilan baglantilar bakim
amaciyla erisilebilir olmalidir.

Montaj alani gereksinimleri

UYARI
Cihazlar R32 sogutucu iceriyorsa, cihazlarin icinde monte edildigi, calstirildigi ve

depolandigi odanin zemin alani asagidaki tabloda tanimlanan minimum zemin alani
A'dan (m?) biyiik OLMALIDIR. Bu durum sunlara uygulanir:

= Sogutucu kagak sensori olmayan i¢ Uniteler; sogutucu kagak sensori bulunan ig
Uniteler icin montaj kilavuzuna basvurun

= Kapall mekana monte edilen dis Uniteler (6rn. kis bahgesi, garaj, makine odasi)

DIKKAT
® Boru tesisatini fiziksel hasara karsi koruyun.

® Boru tesisati montajini asgari dizeyde tutun.

Minimum zemin alanini belirlemek igin

1 Sistemdeki toplam sogutucu sarjini belirleyin (= fabrikadaki sogutucu sarji @ +
@ sarj edilen ilave sogutucu miktari).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 | o< |kg
GWP: xxx
o- T

(2]
9 o0+0-= |k
ﬂ,ﬁl%}:kg= tcs(a)zeq

2 Hangi grafik veya tablonun kullanilacagini belirleyin.

= ic Uniteler icin: Unite tavana monteli, duvara monteli yoksa déseme tipi mi?
* ic mekanda kurulan veya depolanan dis Gniteler icin bu durum montaj
yuksekligine baghdir:

Eger montaj yiiksekligi ... ise Bu durumda ... icin olan grafik veya tablo
kullanilir

<1,8m Doseme tipi Uniteler

1,8<x<2,2 m Duvara monteli Uniteler

>2,2m Tavana monteli Uniteler

3 Minimum zemin alanini belirlemek icin grafik veya tabloyu kullanin.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

o /’; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
e 7 unit® unit® unit©
;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kag) A (m?)
o /i1 | <1842 — <1.842 — <1.842 —
] /1| | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
T i 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
el / § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / : 24 4.74 2.4 5.79 24 49.0
8105 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
e 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
S0 ; 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
st i 36 8.20 36 12.3 36 110
150 : 38 9.14 38 13.7 38 123
P = | 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ g 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
o RS : 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' s/ s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o i 1 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
— o/ 5.0 15.8 5.0 23.6 5.0 213
E 0 ! 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
—_ 35 n
T 3 5.4 18.5 5.4 276 5.4 248
< ¥y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
305 : 5.8 21.3 5.8 31.8 5.8 286
m 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
s i 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
20 : 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
P § 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
1% i 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
0% a 7.2 3258 7.2 49.0 7.2 441
150160 i 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
140 s 76 36.6 7.6 54.6 76 492
B0 1| 78 38.5 78 575 7.8 518
1000 8 405 8 60.5 8 545
% SEAiEiEsRRses 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
ns onted Ut ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0y Wl ===t = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
07 = — —ntedunt 3 8.8 49.0 8.8 732 8.8 659
10 Zg ; ey j 9 513 9 76.6 9 689
18]22]26] 3 [34]38[42]46] 5 [54]58]6.2]66] 7 [74]7.8]82[86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
12724283236 4 44 48 52 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 9.55; 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m Sistemdeki toplam sogutucu sarji

A Minimum zemin alani

'min

(a) Ceiling-mounted unit (= Tavana monteli Unite)
(b) Wall-mounted unit (= Duvara monteli Gnite)

(c) Floor-standing unit (= Déseme tipi Unite)

2.2.3 Sogutucu — R410A veya R32 durumunda

Uygunsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna veya montor

basvuru kilavuzuna bakin.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

akiskan devresinde bir kagak varsa:

sistemi kullanin.

Bosaltma — Sogutucu akigkan kagagi. Sistemi bosaltmak istiyorsaniz ve sogutucu

= Sistemdeki tim sogutucu akiskani dis Uniteye toplamak icin kullanabileceginiz,
Unitenin otomatik bosaltma islevini KULLANMAYIN. Olasi sonug: Hava, calisan
kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine yanabilir ve patlayabilir.

= Unite kompresériiniin calismasina GEREK KALMAMASI icin ayri bir geri kazanim

UYARI

Testler sirasinda, Urlne izin verilen maksimum basingtan (lnitenin isim plakasinda
belirtilmistir) daha yiksek bir basing KESINLIKLE uygulamayin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 P DAIKIN

R32 Split sistem klimalar
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin. Sogutucu gaz kagagl
meydana gelirse, ortami iyice havalandirin. Olasi riskler:

= Kapal bir odada sogutucu akiskan konsantrasyonlarinin asiri yiksek olmasi,
oksijen yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gaz atesle temas ettiginde zehirli gaz Uretilebilir.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE dogrudan atmosfere salinmasina
izin vermeyin. Tesisatl bosaltmak i¢in bir vakum pompasi kullanin.

UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu ANCAK kagak testi ve
vakumlu kurutma islemi gerceklestirildikten sonra ytklenebilir.

Olasi sonug: Oksijen, calisan kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine
yanabilir ve patlayabilir.

DIiKKAT

= Kompresor arizalarini gidermek igin, KESINLIKLE belirtilen sogutucu akiskan
miktarindan fazlasini yiklemeyin.

= Sogutucu akiskan sisteminin agilmasi gerekiyorsa, sogutucu akiskanin mutlaka ilgili
mevzuata uygun sekilde muamele edilmesi GEREKIR.

DiKKAT

Sogutucu akiskan boru montajinin ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.
Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayili standarttir.

DIKKAT
Saha borularinin ve baglantilarinin gerilime MARUZ KALMADIGINDAN emin olun.

DIiKKAT

TUm borular baglandiktan sonra, gaz kagagl olmadigindan emin olun. Gaz kacagi
kontroli icin nitrojen kullanin.

O o @ BB P

= Yeniden doldurulmasi gerekiyorsa, Unite Uzerindeki etikete bakin. Etikette
sogutucu akiskan tipi ve gerekli miktari yazilidir.

= Unite, fabrikada sogutucu akiskanla doldurulur, ancak boru caplarina ve
uzunluklarina bagh olarak bazi Unitelere ilave sogutucu akiskan doldurulmasi
gerekebilir.

YALNIZCA sistemde kullanilan sogutucu akiskan tipine 6zel aletler kullanin; bu,
basing direncini saglar ve sisteme yabanci madde girisini onler.

= Sjvi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan

Bir sifon tUpU mevcuttur Tlp bag yukari konumdayken sarj edin.

(6rn., "Sivi doldurma sifonu takili" isareti
taslyan tip)

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
12 R32 Split sistem klimalar
4P519439-12W - 2022.11



2 | Genel glivenlik 6nlemleri

Eger Ardindan

Bir sifon tlipli mevcut DEGILDIR Tup bas asagl konumdayken sarj edin.

= Sogutucu akiskan tiplerini yavasca agin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi, normal calismayi
engelleyebilir.

iKAZ
Sogutucu akiskan yukleme prosediri tamamlandiginda veya duraklatildiginda,
sogutucu akiskan tankinin vanasini derhal kapatin. Vana derhal KAPATILMAZSA kalan

basingla ilave sogutucu akiskan yiklenebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu akiskan
miktar.

>

2.2.4 Tuzlu Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna veya montor

basvuru kilavuzuna bakin.
UYARI
Tuzlu su secimi MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak yapiimalidir.
UYARI
Tuzlu su kagaklarina karsi gerekli onlemleri alin. Tuzlu su kagagl durumunda alani
derhal havalandirin ve saticiniza danisin.
UYARI
Unite icerisindeki ortam sicakhigl, 6rn. 70°C gibi oda icerisindeki sicakliktan ¢cok daha
yuksek olabilir. Tuzlu su kagagl olmasi durumunda, Unite icerisindeki sicak parcalar
tehlikeli durumlar ortaya cikartabilir.
UYARI
Uygulamanin kullanimi ve montaj MUTLAKA ilgili mevzuatta glvenlik ve gevre ile ilgili
olarak belirtilen 6nlemler dikkate alinarak gerceklestirilmelidir.

2.2.5 Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna veya montor

basvuru kilavuzuna bakin.
DIiKKAT
Su kalitesinin 2020/2184 sayili AB direktifine uygun oldugundan emin olun.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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2.2.6 Elektrik

/N

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

= Anahtar kutusu kapagini ¢ikartmadan, elektrik kablosu baglamadan veya elektrikli
parcalara temas etmeden 6nce tim glic beslemelerini KAPALI konuma getirin.

= Servis islemine baslamadan 6nce, glc kaynagini 10 dakikadan daha uzun bir sire
kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki gerilimi olglin. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi igin, gerilimin
MUTLAKA 50 V DC degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari igin,
kablo semasina bakin.

= Elleriniz 1slakken, KESINLIKLE elektrikli bilesenlere dokunmayin.
= Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE Ginitenin basindan ayrilmayin.

>

UYARI

Fabrikada MONTE EDILMEMISSE, kategori Il asiri gerilim kosullarinda tiim
kutuplarinda tam ayirma saglayacak bir kontak ayirma mevcut bir ana anahtar veya
diger baglanti kesme araclari MUTLAKA sabit kablolara baglanmalidir.

>

UYARI
* YALNIZCA bakir teller kullanin.
= Saha kablolarinin ilgili mevzuata uygun olarak désendiginden emin olun.

®= Tum saha kablolari mutlaka Urlnle verilen kablo semalarina uygun olarak
BAGLANMALIDIR.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin, borulara ve keskin kenarlara
TEMAS ETMEDIGINDEN emin olun. Terminal baglantilarina disaridan baski
uygulanmadigindan emin olun.

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke
borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin.
Topraklamanin yetersiz yapilmasi elektrik carpmasina yol agabilir.

= (Ozel olarak ayrilmis bir giic devresinin kullanildigindan emin olun. Bagka bir
cihazla paylasilan bir glic beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan emin olun.

= Bir toprak kacagl kesicisinin takildigindan emin olun. Aksi takdirde, elektrik
carpmasi veya yangin ortaya gikabilir.

* Topraklama kacagl koruyucu monte edilecekse, topraklama kacagl
koruyucusunun gereksiz yere acilmasini 6nlemek icin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (ylksek frekansli elektrik karisimina dayanikli) oldugundan emin olun.

A

UYARI

= Elektrik isleri tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli bilesenin ve elektrikli bilesen
kutusu icindeki terminalin saglam sekilde baglandigini onaylayin.

= Uniteyi calistirmadan 6nce tiim kapaklarin kapatildigindan emin olun.

A

iKAZ
* GUg¢ beslemesini baglarken: Akim taslyan baglantilari yapmadan 6nce, ilk olarak

toprak kablosunu baglayin.

= GUg¢ beslemesinin baglantisini keserken: Toprak baglantisini ayirmadan 6nce, ilk
olarak akim tasiyan kablolarin baglantisini kesin.

" GU¢ beslemesi gerilim azaltma ile terminal blogunun kendisi arasindaki
iletkenlerin uzunlugu, glc¢ beslemesinin gerilim azaltmadan ayrilmasi olasiligina
karsl, toprak telinden 6nce akim tasiyan teller gerdirilmis gibi OLMALIDIR.

Montor basvuru kilavuzu
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2.2.7 Gaz

DIKKAT
Glg kablolari désenirken alinmasi gereken onlemler:

Y[ o Je
v X X

* Gii¢ terminal bloguna farkli kalinliktaki kablolar BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki
gevseklikler anormal isinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolari baglarken, yukaridaki sekilde gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gl¢ kablolarini kullanin ve bu kablolari saglam sekilde
baglayin ve ardindan terminal kartina harici basing uygulanmasini énlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak icin uygun bir tornavida kullanin. Kiglik bash bir
tornavida, vida basina zarar verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalari asiri sikilirsa kirilabilir.

Olasi karismalari 6nlemek icin, glic kablolarini televizyon ve radyolara en az 1 metre
uzaktan gecirin. Radyo dalgalarina bagli olarak, 1 metre mesafe vyeterli
OLMAYABILIR.

DIKKAT
YALNIZCA gli¢c kaynaginin trifaze olmasi ve kompresorde bir ACIK/KAPALI baslangic

yonteminin bulunmasi durumunda gegerlidir.

Uriin calisirken anlik bir kesintinin veya giiciin GIDIP GELMESININ ardindan ters fazin
devreye girmesi ihtimali varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriintin ters fazda calistirilmasi, kompresére ve diger parcalara zarar verebilir.

Kombi fabrikada:
= tip bilgi etiketinde veya ayar tip bilgi etiketinde yazili olan gaz tipine ve
= tip bilgi etiketinde yazili olan gaz basincina ayarlanir.

Uniteyi YALNIZCA bu tip bilgi etiketlerinde belirtilen gaz tipinde ve gaz basincinda
calistirin.

Gaz sisteminin montaji ve uyarlanmasi MUTLAKA:

= bu calismaya yetkili personel tarafindan

= gaz montajiyla ilgili gecerli kilavuzlara,

= gaz besleme sirketinin ilgili ydnetmeliklerine ve

= yerel ve ulusal ydonetmeliklere uygun olarak gerceklestiriimelidir.

Dogal gaz kullanan kombiler MUTLAKA kontrollU bir sayaca baglanmalidir.

Sivi petrol gazi (LPG) kullanan kombiler ise MUTLAKA bir regilatore baglanmahdir.
Gaz besleme borusunun boyutu hicbir kosulda 22 mm'nin altinda olmamalidir.

Sayac veya regllator ve sayaca bagl borular MUTLAKA tercihen gaz tedarikgisi
tarafindan kontrol edilmelidir. Béylece ekipman islerinin dogru yapildigl ve gaz akis!
ve basinci ile ilgili gereksinimleri karsiladigi dogrulanmis olur.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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2.2.8 Gazegzozu

2.2.9 Yerel mevzuat

TEHLIKE
Gaz kokusu alirsaniz:

= derhal yerel gaz tedarikginizi ve montorinizi arayin,

= tedarikginin LPG deposunun (varsa) yaninda yazili olan numarasini arayin,
= sayactaki/regllatordeki acil durum kontrol vanasini kapali konuma getirin,
= KESINLIKLE elektrik anahtarlarini ACIK veya KAPALI konuma getirmeyin,

= KESINLIKLE kibrit cakmayin ve sigara igmeyin,

= ciplak alevleri sondirin,

= kapi ve pencereleri derhal agin ve

= insanlari ilgili alandan uzaklastirin.

Baca gazl sistemleri KESINLIKLE degistiriimemeli ve montaj talimatlarinda
aciklanandan farkli bir sekilde monte edilmeye calisiimamalidir. Cihazin, baca gazi
sisteminin  veya ilgili bilesenlerin yanlis kullanilmasi veya izin alinmadan
degistirilmesi garantiyi gecersiz kilabilir. Uretici, yasal sorumluluklari disinda bu tir
mudahalelerde higbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Farkli tedarikcilerden satin alinan baca gazi sistemi parcalarinin birlikte
kullanilmasina KESINLIKLE izin veriimemelidir.

Yerel ve ulusal yonetmeliklere bakin.

Montor basvuru kilavuzu
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3 Ozel montor guvenlik talimatlar

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun.

Unite montaji (bkz. "6 Unite montaji" [» 26])

UYARI
Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme secimi ve montaj ilgili mevzuata

uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayili standarttir.

Montaj sahasi (bkz. "6.1 Montaj sahasinin hazirlanmas!" [» 26])

IKAZ
®= Montaj yerinin Gnitenin agirhigini taslyabilecegini kontrol edin. K&ti montaj

tehlikelidir. Ayni zamanda titresime veya anormal isletim gurdltisine neden
olabilir.

= Yeterli servis alani saglayin.

= Titresime neden olabilecegi icin Uniteyi tavana veya duvara temas edecek sekilde
KURMAYIN.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazl gereg veya
calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

>

Unitenin agilmasi ve kapatiimasi (bkz. "6.2 Unitenin agilmasi ve
kapatilmasi" [» 30])

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE Gnitenin basindan ayriimayin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

> B P

Sogutucu borularinin baglanmasi (bkz. "7.2 Sogutucu borularinin
baglanmas!" [» 35])

iKAZ

= Sevkiyat sirasinda R32 sogutucu sarji olan Unitelerde sahada sert lehim veya
kaynak yapilmaz.

>

= Sogutma sisteminin montaji sirasinda, en az bir kismi sarj edilmis parcalarin
birlestiriimesi, asagidaki sartlar gbz 6nine alinarak gergeklestirilecektir: Meskun
mahallerde, i¢ Uniteyi boru tesisatina dogrudan baglayan, sahada yapilmis
baglantilar disinda, R32 sogutucu akiskan igin daimi olmayan baglantilara izin
verilmez. Boru sistemini i¢ Unitelere dogrudan baglayan sahada yapilan baglantilar
kalici olmayan tipte olacaktir.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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UYARI

Kompresori calistirmadan 6nce sogutucu akiskan borularini saglam sekilde baglayin.
Sogutucu akiskan borulari baglh DEGIL ise ve kompresor calisirken durdurma vanasi
aciksa, hava emilir. Bu da sogutucu akiskan devresinde anormal basinca ve dolayisiyla
ekipman hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol acar.

iKAZ
= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin. Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek
icin yeni havsalar kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa bash somunlari kullanin. Farkli havsa somunlarinin
kullanilmasi, sogutucu gaz kagaklarina neden olabilir.

iKAZ
Havsa islemleri tamamlanana kadar vanalart ACMAYIN. Sogutucu gaz kagagina neden
olur.

> B P

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Vakumla kurutma islemleri tamamlanmadan dnce stop vanalarint ACMAYIN.

Sogutucu sarji (bkz. "8 Sogutucu akiskan doldurma” [» 44])

UYARI

= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti
YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararl gaz olusumuna yol agabilir.

>

= Tum alevli isitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar tniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler patlamalara ve kazalara
neden olabilir.

>

= R32 florlu sera gazlari icerir. Kiresel isinma potansiyeli (GWP) degeri 675'tir. Bu
gazlarin atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu eldiven ve koruyucu gozliik takin.

UYARI
Kazaen sizan sogutucuya KESINLIKLE dogrudan temas etmeyin. Bu, soguk isirmasinin

yol actigl ciddi yaralara sebep olabilir.

Elektrik tesisati (bkz. "9 Elektrikli bilesenler" [» 48])

UYARI
Cihaz, ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun bicimde monte EDILMELIDIR.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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UYARI
= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve

ilgili ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.
= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

® Sahada temin edilen tim bilesenler ve tum elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI
® Gugc beslemesinde N fazi yoksa veya hatali ise, cihaz bozulabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmasina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin 6zellikle de
yuksek basing tarafindaki borulara veya keskin kenarlara temas etmemesine
dikkat edin.

® Hasar gormus kablolari, uzatma kablolari veya yildiz sistemi baglantilarini
kullanmayin. Aksi takdirde, asiri 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin meydana
gelebilir.

® Bu Unitede bir inverter bulundugundan, faz ilerletme kapasitoric TAKMAYIN. Faz
ilerletme kapasitort performansi dislrir ve kazalara sebebiyet verebilir.

UYARI
GUg besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Ill altinda tam ayirma saglayan, temas noktasi bosluklari
arasinda en az 3 mm olan tim kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

UYARI

Besleme kablosu zarar goriirse tehlikeye meydan vermemek igin imalatcl, onun servis
temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Glc beslemesini i¢c tniteye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde, elektrik carpabilir veya
yangin cikabilir.

UYARI
= Yerel olarak satin alinan elektrik pargalarini Griintin icerisinde KULLANMAYIN.

® Drenaj pompasl vb. i¢in glic beslemesini terminal blogundan dallanma YAPMAYIN.
Aksi takdirde, elektrik carpabilir veya yangin gikabilir.

UYARI

Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini isi yalitimsiz bakir borulardan
uzak tutun.

TEHLIKE: ELEKTRiIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Tum elektrikli parcalar (termistorler dahil) glic kaynagi tarafindan beslenir. Bunlara
ciplak elle DOKUNMAYIN.

> B> BB P PPk
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ﬁ TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Servis islemine baslamadan 6nce, glic beslemesini 10 dakikadan daha uzun bir stre
kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri arasindaki
gerilimi olctn. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi icin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari igin kablo semasina bakin.

I¢ iinite montajinin tamamlanmasi (bkz. "10 Dis {nitenin montajinin
tamamlanmasi” [» 54])

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

= Sistemin diizgln topraklandigindan emin olun.

>

= Bakim yapmadan 6nce glic kaynagini KAPATIN.

= GUg kaynagini agmadan 6nce anahtar kutusu kapagini takin.

Konfigiirasyon (bkz. "11 Yapilandirma" [» 55])

UYARI

Konektorii baglamadan veya cikarmadan énce, giic beslemesinin KAPATILDIGINDAN
emin olun.

>

Isletmeye alma (bkz. "12 isletmeye alma" [» 57])

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

iIKAZ
i¢ Giniteler Gizerinde ¢alisirken test isletimini GERCEKLESTIRMEYiN.

Test isletimini gerceklestirirken SADECE dis tinite DEGIL ayni zamanda bagli i¢ tnite
de calisacaktir. Test isletimi gerceklestirirken bir i¢c Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

IKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndiigiinde yaralanmaya neden olur.

> BPBPP

Bakim ve servis (bkz. "14 Bakim ve servis" [» 61])

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RisKi

> B
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3 | Ozel montor glivenlik talimatlari

A

UYARI

Herhangi bir bakim veya onarim faaliyetini gerceklestirmeden 6nce, HER ZAMAN
besleme panelindeki devre kesiciyi kapatin, sigortalari ¢ikarin veya Unitenin
koruma cihazlarini agin.

Yiksek voltaj riski dolayisiyla, glic beslemesi kapatildiktan sonra 10 dakika streyle
canli parcalara DOKUNMAYIN.

Elektrik eleman kutusunun bazi kisimlarinin sicak olduguna lutfen dikkat edin.
iletken bir kisma DOKUNMADIGINIZDAN emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE yikamayin. Aksi takdirde, elektrik carpmasi veya yangin
tehlikesi ortaya cikar.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Bu kompresori yalnizca topraklanmis bir sistemde kullanin.
Kompresore servis yapmadan 6nce glici kapatin.

Servis sonrasi anahtar kutusu kapagini ve servis kapagini geri takin.

iKAZ

DAIMA koruyucu gézliikler ve koruyucu eldivenler kullanin.

> > b

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Kompresori ¢ikarmak igin bir boru kesici kullanin.
Sert lehim torcu KULLANMAYIN.

Sadece onaylanmis sogutucu ve yaglayicilari kullanin.

>

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi
Kompresore ciplak elle DOKUNMAYIN.

Sorun giderme (bkz. "15 Sorun giderme" [» 63])

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

> B B

UYARI

Unitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA {nitenin ana
sebekeyle baglantisinin kesildiginden emin olun. ilgili devre kesiciyi kapatin.

Bir emniyet cihazi faaliyete gectiginde, onu eski durumuna getirmeden o6nce
Uniteyi durdurun ve emniyet cihazinin neden harekete gectigini anlayin.
KESINLIKLE emniyet cihazlarinin yéniinii saptirmayin veya fabrika ayari disindaki
bir degere degistirmeyin. Sorunun nedenini bulamiyorsaniz, saticinizi arayin.

>

UYARI

Termal kesicinin yanlishkla sifirlanmasindan 6tiri dogabilecek bir tehlikeden
kacinmak icin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamalidir.
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3 | Ozel montor giivenlik talimatlar

/N

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

= Unite CALISMAZKEN, giic tasarrufu yapmak icin PCB tizerindeki LED'ler KAPALIDIR.

= LED'ler KAPALI oldugunda bile, terminal blogu ve PCB enerjili olabilir.

Montor basvuru kilavuzu
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4 Kutu hakkinda

Asagidakileri akilda tutun:

= Teslim sirasinda, Unitede hasar ve eksiklik olup olmadigl kontrol EDILMELIDIR.
Tespit edilen hasarlar veya eksik parcalar derhal tasimacinin hasar servis
yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mimkin oldugunca nihai
montaj konumuna getirene kadar ambalajindan ¢ikarmayin.

= Uniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediginiz yolu énceden
hazirlayin.

= Uniteyi tasirken asagidakileri dikkate alin:
|1| Kolay kirilir, Gniteyi dikkatli tastyin.

Hasara meydan vermemek icin dniteyi dik tutun.
Uniteyi yagmur veya nemli kosullardan uzak tutun.

@ Unitenin bulundugu kutuyu kaldirmak icin en az 2 kisi gerekir.

4.1 Dis Unite

4.1.1 Dis Uniteyi ambalajindan ¢ikarmak icin

4.1.2 Dis Uniteyi tasimak icin

iKAZ
Yaralanmaktan kaginmak igin Unitenin hava girisi veya aliminyum kanatlarina

DOKUNMAYIN.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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iKAZ
Dis Uniteyi YALNIZCA asagida gosterildigi sekilde kaldirin ve tasiyin:

DIKKAT
= Uniteyi diiz bir zemine yerlestirin.

® Montajdan once Unite Uzerindeki aliminyum kanatlarin diz oldugundan emin
olun. Degilse, bir kanat taragi ile duzlestirin (sahadan temin edilir).

4.1.3 Aksesuarlari dis Uniteden sokmek icin

1 Dis dniteyi kaldirin.
2 Aksesuarlari ambalajin altindan cikartin.

3 Asagidaki aksesuarlarin tamaminin Unite ile teslim edildiginden emin olun:
d e

a b c
\; ﬁ 1% 1% 1%

Genel givenlik onlemleri

Dis Unite montaj kilavuzu

Florlu sera gazlari etiketi

Farkli dillerde yazilmis florlu sera gazlari etiketi

Drenaj tapasi (ambalaj kutusunun alt kisminda bulunur)
Enerji etiketi

-~ Q0 T O

Montor basvuru kilavuzu
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5 Unite hakkinda
A UYARI: HAFIF YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

5.1 Genel bilgi: Uniteler ve secenekler hakkinda

Bu bolimde su hususlarla ilgili bilgiler yer alir:

= Dis Gnitenin tanimlanmasi

5.2 Kimlik

DIKKAT
Birkag Unitenin montaj veya servis calismalarini ayni anda yuraturken, farkh

modellerin servis panellerini birbirine KARISTIRMADIGINIZDAN emin olun.

5.2.1 Tanim etiketi: Dis Unite

Konum

S|

\‘EL_M-_ 5
-—
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6 Unite montajl

UYARI

Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme secimi ve montaj ilgili mevzuata
uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayili standarttir.

Bu bdlimde
6.1 MONtA] SANASININ NAZITTANMESI ...ttt ettt etttk s et s et s et es et e e s st se et ese s es e eeeneeeens 26
6.1.1 Dis Unite montaj sahasi gereksinimleri 27
6.1.2 Soguk iklimler igin dis tUniteyle ilgili ilave montaj sahasi gereksinimleri 29
6.2 Unitenin agilmasi ve kapatilmasi 30
6.2.1 Unitelerin agiimasi hakkinda... 30
6.2.2 Dis Uniteyi agmak igin 30
6.2.3 Dis Uniteyi kapatmak igin ... 30
6.3 Dig Unitenin montaji 31
6.3.1 Dis Uniteyi monte etme hakkinda 31
6.3.2 Dis Unitenin monte edilmesi sirasinda alinmasi gereken énlemler 31
6.3.3 Montaj yapisini saglamak igin ... 31
6.3.4 Dis Uniteyi monte etmek igin .... 32
6.3.5 Tahliyeyi saglamak igin 32
6.3.6 Dis Unitenin dismesini 6nlemek igin 33

6.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

Unitenin rahatca iceri ve disari tasinmasina izin veren bir bosluga sahip montaj
konumu segin.

Uniteyi siklikla calisma alani olarak kullanilan yerlere monte ETMEYIN. Cok toz
clkaran insaat isleri (6rn. taslama isleri) yapilmasi halinde Unitenin Uzeri
ORTULMELIDIR.

iKAZ

® Montaj yerinin Gnitenin agirligini taslyabilecegini kontrol edin. Ko6ti montaj
tehlikelidir. Ayni zamanda titresime veya anormal isletim gurdltisine neden
olabilir.

= Yeterli servis alani saglayin.

= Titresime neden olabilecegi icin Uniteyi tavana veya duvara temas edecek sekilde
KURMAYIN.

= Calisma sesinin veya Uniteden c¢ikan sicak/soguk havanin kimseyi rahatsiz
etmeyecegi bir yer secin; konum gecerli mevzuata uygun secilmelidir.

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk birakin.
= Tutusabilir gaz veya Urln kacagl meydana gelebilecek alanlardan uzak durun.

= Paraziti dnlemek igin Uniteleri, glic kablolarini ve iletisim kablolarini televizyon
veya radyolardan en az 3 m uzaga yerlestirin. Radyo dalgalarina bagli olarak, 3 m
mesafe yeterli olmayabilir.

DIiKKAT

ic Ginitenin ve/veya dis (nitenin altina islanabilecek nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi
taktirde, Unitede veya sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik veya
drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak Unitenin altindaki nesnelerin kirlenmesine
veya hasar gérmesine yol acabilir.

Montor basvuru kilavuzu

26

4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9

R32 Split sistem klimalar
4P519439-12W - 2022.11



6 | Unite montajl

UYARI
Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler, ¢alisan bir gazli gerec veya

calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

6.1.1 Dis Ginite montaj sahasi gereksinimleri

o BILGI
l Asagidaki gereksinimleri de okuyun:

= "2 Genel glivenlik onlemleri" [» 6].

= "7.1.3 Sogutucu boru uzunlugu ve yukseklik farki" [» 35].

Montaj konumuyla ilgili su hususlari dikkate alin:

«} + 1 {b [>100

———
~—J

Wb 4b [>150

=
l————

~ t { ¥ ib [>100
~E=
g

@ oo
==

(mm) Fritp

a Hava cikisi
b Hava girisi

DIKKAT
Dis Unitenin ¢ikis tarafindaki duvar yuksekligi <1200 mm OLMALIDIR.

DIKKAT
= Uniteleri KESINLIKLE birbiri tizerine yerlestirmeyin.

= Uniteyi KESINLIKLE tavana asmayin.

Dis Unitenin hava ¢ikisina dogru esen kuvvetli rizgarlar (=18 km/sa) kisa devreye
(desarj havasinin emilmesine) neden olur. Bu da sunlara yol acabilir:

= calisma kapasitesinin dismesi;
= |1sitma modunda sik sik buzlanmanin artmasi;
= alcak basing distsU veya yUksek basing artisi nedeniyle calismanin kesilmesi;

= fan arizasi (fana sirekli olarak kuvvetli bir rizgar eserse, cok hizli bir sekilde
donmeye baslayabilir ve bozulabilir).

Hava cikisi riizgara maruz kaliyorsa, bir oluklu plaka monte edilmesi 6nerilir.

Dis Unitenin hava girisi duvara bakacak sekilde monte edilmesi énerilir, KESINLIKLE
dogrudan rlzgara maruz kalmamalidir.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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a Oluklu plaka
b Hakim rizgar yoni
¢ Hava cikisi

Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:

= Sese duyarli alanlar (6r. yatak odasi yakini), boylece calisma sesi rahatsizlik
yaratmayacaktir.

Not: Ses gercek montaj sartlari altinda olcllirse, olcllen deger cevresel glrulta
ve ses vyansimalarindan dolayr veri kitabindaki Ses spektrumu boliminde
belirtilen ses basinci seviyesinden daha yiksek olacaktir.

. BiLGi
l Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

= Atmosferde mineral yag bugusu, spreyi veya buharinin bulunabilecegi yerler.
Plastik parcalar bozulabilir ve disebilir veya su sizintisina neden olabilir.

Unitenin kullanim émrini kisaltacagindan, tnitenin su alanlara monte edilmesi
ONERILMEZ:

= Gerilim dalgalanmalarinin yiksek oldugu yerler
= Araclarda veya gemilerde
= Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

Deniz kenarinda montaj. Dis Unitenin deniz ruzgarlarina dogrudan MARUZ
KALMADIGINDAN emin olun. Bu, tinitenin émriini kisaltabilecek, havadaki yiiksek
seviyede tuzdan kaynaklanan korozyonu 6nlemek icindir.

Dis Uniteyi dogrudan deniz riizgarlarindan uzaga monte edin.

Ornek: Binanin arkasi.

H HHHHHEA

| [

Dis Unite dogrudan deniz rizgarlarina maruz kalirsa bir riizgar kesici kullanin.
= Rlzgar kesicinin ylksekligi>1,5xdis Unitenin yiksekligi

= Rlzgar kesiciyi monte ederken servis boslugu gereksinimlerini dikkate alin.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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o
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[ 1]

Deniz ruzgari
Bina

Dis Unite
Rizgar kesici

Q. n TO

Dis Unite sadece dis kurulum icin ve asagidaki tabloda belirtilen ortam sicakliklari
icin tasarlanmistir (baglanan i¢ Unitenin kullanim kilavuzunda aksi belirtilmedigi

takdirde).

Model Sogutma Isitma
RXM-R9, ARXM-R9 —10~50°C DB —20~24°C DB
RXA-A9 -10~46°C DB —15~24°C DB

6.1.2 Soguk iklimler icin dis Uniteyle ilgili ilave montaj sahasi gereksinimleri

Dis Uniteyi dogrudan kar yagisina karsi koruyun ve dis tnitenin KESINLIKLE karla
kaplanmasina izin vermeyin.

a Kar kapagi veya brandasi
b Kaide

¢ Hakim rizgar yonu

d Hava cikisi

Unitenin altinda en az 150 mm bos alan birakilmasi énerilir (cok kar yagisi alan
bolgelerde 300 mm). Ayrica Unitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az
100 mm Uzerine yerlestirildiginden emin olun. Gerekirse, bir kaide insa edin. Daha
fazla ayrintiicin bkz. "6.3 Dis Unitenin montaji" [» 31].

Yogun kar vyagisi alan bolgelerde, montaj alaninin Unitenin kar vyagisindan
etkilenmeyecegi sekilde secilmesi cok onemlidir. Karin yere paralel dismesi
olasiysa, sl esanjor serpantininin kardan etkilenmeyeceginden emin olun.
Gerekirse, bir kar kapagi veya brandasi veya bir kaide monte edin.
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6.2 Unitenin acilmasi ve kapatilmasi

6.2.1 Unitelerin agilmasi hakkinda

Bazi zamanlarda Uniteyi acmaniz gerekir. Ornek:
= Sogutucu boru baglantisi yapilirken
= Elektrik kablolarini baglarken

= Unitede bakim veya servis calismalari gerceklestirirken

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
Servis kapag! acik konumdayken, KESINLIKLE tnitenin basindan ayrilmayin.

6.2.2 Dis Uniteyi agmak icin

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

> B

6.2.3 Dis Uniteyi kapatmak igin

DIKKAT
Dis tnite kapagini kapatirken, sikma torkunun 1,3 Nem degerini GECMEDIGINDEN

emin olun.
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6.3 Dis Unitenin montajl

6.3.1 Dis Uniteyi monte etme hakkinda

Zamani

Sogutucu akiskan borularinin baglanabilmesiicin i¢ ve dis Gnite monte edilmelidir.

Tipik is akisi

Dis Unitenin monte edilmesi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:
1 Montaj yapisinin saglanmasi.

2 Dis Unitenin monte edilmesi.

3 Tahliyenin saglanmasi.

4 Unitenin diismesinin dnlenmesi.

6.3.2 Dis Unitenin monte edilmesi sirasinda alinmasi gereken dnlemler

BiLGi

°
l Ayrica, asagidaki bolimlerde acgiklanan onlemleri ve gereksinimleri okuyun:

= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 6]

* "6.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi" [» 26]

6.3.3 Montaj yapisini saglamak igin
Montajin yapilacagl zeminin mukavemetini ve dizIGgunu kontrol edin, aksi takdirde
Unite, calisma titresimlerine veya ylksek calisma seslerine neden olabilir.

Titresimin binaya iletilme ihtimali olan durumlarda titresim Onleyici bir lastik
kullanin (sahadan temin edilir).

Uniteyi temel cizimine uygun olarak temel civatalariyla saglam sekilde sabitleyin.

4 takim M8 veya M10 ankraj civatasl, somunlari ve pullarini hazirlayin (sahadan
temin edilir).

wauﬂ

20 mm
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(mm)

a Beklenen kar seviyesinden 100 mm yukarida

6.3.4 Dis Giniteyi monte etmek icin

®

AN

6.3.5 Tahliyeyi saglamak igin

Yogusma suyunun dogru sekilde tahliye edilebildiginden emin olun.

Uniteyi buz olusumunun engellenmesi icin uygun bir drenaj saglanabilecek bir
temele yerlestirin.

Unite etrafindaki atik suyu tahliye etmek icin temel etrafinda bir su drenaj kanali
hazirlayin.

Drenaj suyunun insanlarin yiridigu yerlere akmamasina dikkat edin, aksi
takdirde sifirin altindaki dis ortam sicakliklarinda bu yerler KAYGANLASABILIR.

Uniteyi bir kasa tzerine monte ediyorsaniz, Unitenin icine su girmesini ve drenaj
suyunun damlasini dnlemek icin Unitenin 150 mm altina bir su gecirmez plaka
takin (asagidaki sekle bakin).

VN

<>,1j
2 A

hS

Montor basvuru kilavuzu
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DIKKAT
Unite soguk bir iklimde monte ediliyorsa, bosaltilan yogusma suyunun DONMAMASI

icin yeterli 6nlemler alin.

DIiKKAT

Dis Unitenin drenaj delikleri montaj kaidesi veya zemin ylzeyi ile kapanmissa, dis
Gnitenin ayaklarinin altina <30 mm ilave ayak altliklari yerlestirin.

. BiLGi

1

Mevcut secenekler hakkinda bilgi igin, saticiniza danisin.

1 Drenajicin bir drenaj tapasi kullanin.

2 @16 mm hortum (sahadan temin edilir) kullanin.

NI 7~
O
[T ey

Drenaj portu

Alt govde

Drenaj tapasi

Hortum (sahadan temin edilir)

S n TOQO

6.3.6 Dis linitenin dismesini dnlemek icin
Unite gucli riizgar tarafindan devrilebilecek bir yere monte edilmisse, su énlemleri
ahn:
1 Asagidaki sekilde gosterildigi gibi 2 adet kablo (sahada temin edilir) hazirlayin.
2 2 kabloyu dis Unite Gzerinden gegirin.

3 Kablolarin boyaya zarar vermesini dnlemek igin, kablolar ile dis Gnite arasina
kaucuk bantlar (sahada temin edilir) yerlestirin.

4 Kablolarin uglarini takin.

Kablolari sikin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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7.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi
7.1.1 Sogutucu akiskan borusu gereksinimleri

. BILGI
l Ayrica, "2 Genel givenlik onlemleri" [» 6] boéliminde aciklanan onlemleri ve

gereksinimleri okuyun.

DIKKAT
Borular ve diger basing icerikli pargalar sogutucu icin uygun olacaktir. Sogutucu

borulari igin fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

= Boru malzemesi: fosforik asitle oksijeni giderilmis eksiz bakir

= Havsali baglantilar: Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

= Boru capt:

Sivi borulan Gaz borular

@6,4 mm (1/4") @9,5 mm (3/8")

= Boru sertlik derecesi ve et kalinligi:

Dis ¢ap (@) Sertlik derecesi Kalinhk (t)®

6,4 mm (1/4") Tavlanmis (O) >0,8 mm \“@
9,5 mm (3/8") Tavlanmis (O)

@ lgili mevzuata ve (initenin maksimum calisma basincina (bkz. Ginitenin isim plakasi
Gzerindeki "PS High") bagli olarak daha buytk boru kalinhgi gerekebilir.

7.1.2 Sogutucu borularinin yalitimi

= Yalitim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen kopuk kullanin:

- 1sl aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh°C)

- isidirenci en az 120°C

Montor basvuru kilavuzu
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= Yalitim kalinhigi

Boru dis ¢api (@,) Yalitim i¢ cap1 (@,) Yalitim kalinhgi (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
i (%)%

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem%80'den yiksekse, bu durumda yalitim ylzeyinde
yogusmanin onltne gecilmesi icin yalitim malzemelerinin kalinligi en az 20 mm

olmalidir.

7.1.3 Sogutucu boru uzunlugu ve yukseklik farki

Ne? Mesafe
Maksimum izin verilen boru uzunlugu 20m
Minimum izin verilen boru uzunlugu 1,5m
izin verilen maksimum yiikseklik farki 15m

7.2 Sogutucu borularinin baglanmasi

kaynak yapilmaz.

kalici olmayan tipte olacaktir.

IKAZ
= Sevkiyat sirasinda R32 sogutucu sarji olan Unitelerde sahada sert lehim veya

® Sogutma sisteminin montaji sirasinda, en az bir kismi sarj edilmis pargalarin
birlestirilmesi, asagidaki sartlar géz énline alinarak gerceklestirilecektir: Meskun
mahallerde, i¢ Uniteyi boru tesisatina dogrudan baglayan, sahada yapilmis
baglantilar disinda, R32 sogutucu akiskan igin daimi olmayan baglantilara izin
verilmez. Boru sistemini i¢ Unitelere dogrudan baglayan sahada yapilan baglantilar

7.2.1 Sogutucu borularinin baglanmasi hakkinda

Sogutucu borularinin baglantisi yapilmadan 6nce
Dis ve i¢ Unitenin monte edildiginden emin olun.
Tipik is akisi
Sogutucu borularinin baglanmasi sunlari kapsar:
= Sogutucu borularinin i¢ Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin dis Uniteye baglanmasi
= Sogutucu borularinin yalitimi
= Su konulardaki ilkeleri unutmamak gerekir:
- Boru kivrimlari
- Boru uglarina havsa agilmasi

- Stop vanalarmin kullanimi

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
R32 Split sistem klimalar
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7.2.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

BiLGI
Ayni zamanda asagidaki boliimlerde bulunan énlem ve gereksinimleri de okuyun:
= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 6]

= "7.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi" [» 34]

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

DIiKKAT
= Uniteye sabitlenen havsa somununu kullanin.

" Gaz kagagini onlemek icin, YALNIZCA havsanin i¢ ylzeyine sogutucu yagl
uygulayin. R32 icin sogutucu yagi kullanin (FW68DA).

= Baglantilari tekrar KULLANMAYIN.

DIKKAT
* Havsall parcada maden yagi KULLANMAYIN.
= Onceki tesisatlardan cikan borulari KULLANMAYIN.

= Kullanim émriiniin garanti edilmesi bakimindan bu R32 initesine KESINLIKLE
kurutucu takmayin. Kurutucu maddeler ¢ézlinerek sisteme zarar verebilir.

© 0 P

DIKKAT
Sogutucu akiskan borulariyla ilgili olarak su hususlari dikkate alin:

= Sogutucu dongustne belirtilen sogutucu akiskan disinda baska higbir seyin (6rn.
hava) karismamasini saglayin.

Sogutucu ilave ederken, yalniz R32 kullanin.

Basinca dayanikli olmasi ve yabanci maddelerin (6rn. mineral yaglar ve nem)
sisteme karismasinin 6nlenmesi icin yalnizca R32 kurulumlari icin 6zel olarak
tasarlanmis montaj aletleri (6rn. manifold gosterge seti) kullanin.

= Borulari, konik parcalari KESINLIKLE mekanik gerilime maruz kalmayacak sekilde
monte edin.

= Borulari sahada gozetimsiz BIRAKMAYIN. Montaj isinin 1 giin icinde YAPILMAMASI
durumunda, boru tesisatini pislik, sivi veya toz girisi 6nlenecek sekilde asagidaki
tabloda aciklandigi gibi koruyun.

= Bakir borulari duvarlardan gecirirken dikkatli olun (asagidaki sekle bakin).

5 g AT Y

X

Unite Montaj donemi Koruma yontemi
Dis Unite >1 ay Boruyu ezin
<1ay Boruyu ezin veya bantlayin
ic Unite Doneme bagli olmaksizin

Montor basvuru kilavuzu
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DIKKAT
Sogutucu akiskan borularini kontrol etmeden KESINLIKLE sogutucu akiskan kesme

vanasini acmayin. ilave sogutucu akiskan doldurmaniz gerekiyorsa, sogutucu akiskan
kesme vanasini doldurma isleminden sonra agmaniz énerilir.

UYARI
Kompresori calistirmadan 6nce sogutucu akiskan borularini saglam sekilde baglayin.

Sogutucu akiskan borulari baglh DEGIL ise ve kompresér calisirken durdurma vanasi
aclksa, hava emilir. Bu da sogutucu akiskan devresinde anormal basinca ve dolayisiyla
ekipman hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol agar.

7.2.3 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

Borulari baglarken su hususlari dikkate alin:

= Havsa somunu takarken, havsanin i¢ ylzeyini eter veya ester yagiyla kaplayin.
Saglam sekilde sikmadan 6nce, elinizle 3 veya 4 tam tur sikin.

— v
T
|
/

= Havsa somununu gevsetirken DAIMA 2 anahtari birlikte kullanin.

= Boru baglantilarini yaparken havsa somununu sikmak icin DAIMA somun anahtari
ile tork anahtarini birlikte kullanin. Boylece, somunun catlamasi ve kacaklar
onlenmis olur.

a Tork anahtari
b Somun anahtari
¢ Boru birlesimi
d Havsa somunu
Boru ebadi (mm) | Sikma torku (Nem) | Havsa olgiileri (A) | Havsa bigimi (mm)
(mm)
@6,4 15~17 8,779,1
9,5 33~39 12,8~13,2

7.2.4 Boru bikme esaslari

Bikme icin bir boru bikme aleti kullanin. Tim boru dirsekleri mimkun oldugunca
yumusak gecisli olmalidir (dirsek yaricapi 30~40 mm veya daha yiksek olmalidir).

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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7.2.5 Boru ucuna havsa agmak icin

iKAZ
= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin. Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek
icin yeni havsalar kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa bash somunlari kullanin. Farkli havsa somunlarinin
kullanilmasi, sogutucu gaz kagaklarina neden olabilir.

Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin.

2 Capaklarin boruya GIRMEMESI icin, kesilen yiizey asagl bakarken capaklarini
temizleyin.

a Tam dik agida kesin.
b Capaklari temizleyin.

Stop vanasindan havsa somununu sdkln ve boru Uzerine yerlestirin.

4 Boruyu konik kesin. Tam olarak asagidaki sekilde gosterildigi konuma ayarlayin.

s

R32 icin havsa takimi Geleneksel havsa takimi
(kavramal tip) Kavrama tipi Kelebek somun tipi
(Ridgid tipi) (Imperial tipi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Havsanin dogru sekilde acildigini kontrol edin.
a 4 b
Cc

a Havsanin ig yuzeyi plrtzstiz OLMALIDIR.
b Boru ucuna esit olarak tam daire seklinde havsa ACILMALIDIR.
¢ Havsa somununun takildigindan emin olun.

7.2.6 Stop vanasi ve servis agzi kullanimi

iKAZ
Havsa islemleri tamamlanana kadar vanalari ACMAYIN. Sogutucu gaz kacagina neden

olur.

Stop vanasi islemi igin
Su hususlari dikkate alin:
= Stop vanalari fabrikada kapanir.

= Asagidaki sekilde, islem yaparken gerekli olan stop vanasi parcgalari gosterilmistir.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Servis agzi ve servis agzi baslgl
Vana govdesi

Saha boru baglantisi

Govde kapagi

a
b
c
d

= Calisma sirasinda her iki durdurma vanasini da acik tutun.

= Vana govdesine KESINLIKLE asiri kuvvet uygulamayin. Bunun yapilmasi, vana
govdesini kirabilir.

= Durdurma vanasini DAIMA bir somun anahtariyla sabit tutun ve havsa somununu
bir tork anahtariyla gevsetin veya sikin. Somun anahtariyla gévde kapagindan
TUTMAVYIN, aksi takdirde sogutucu akiskan kacagl meydana gelebilir.

a Somun anahtari
b Tork anahtari

= Calisma basincinin diUsik olacagl (6rn. dis ortam sicakhigl distkken sogutma
islemi uygulanmasi durumunda) bekleniyorsa, donmanin 6nlenmesi icin gaz
hattindaki durdurma vanasinda bulunan havsa somunun sizdirmazhgini silikon
sizdirmazlik malzemesi kullanarak saglayin.

Silikon sizdirmazlik malzemesi (bosluk kalmadigindan emin olun).

Durdurma vanasini agmak/kapatmak igin
1 Stop vanasinin kapagini cikarin.

2 Vana miline bir altigen anahtar takin (sivi tarafi: 4 mm, gaz tarafi: 6 mm) ve
vana milini cevirin:

3 Vana miline bir altigen anahtar takin (sivi tarafi: 4 mm, gaz tarafi: 4 mm) ve
vana govdesini cevirin:

Agmak icin saat yonunin tersine
Kapatmak icin saat yonine

4 Stop vanasi daha fazla DONDURULEMEDIGI zaman, cevirmeyi birakin.
5 Stop vanasinin kapagini takin.

Sonug: Vana artik agik/kapal konumdadir.

Mil kapagini takmak icin

= Govde kapagl, okla gosterilen yerden yalitiimistir. Hasar vermemeye dikkat edin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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\

= Stop vanasina islem yaptiktan sonra, gévde kapagini sikin ve sogutucu kacaklarini
kontrol edin.

Servis kapagini takmak igin

= Servis agzi Schrader tipi bir supap oldugundan, HER ZAMAN supap baski pimi
bulunan bir sarj hortumu kullanin.

= Stop vanasina islem vyaptiktan sonra, servis agzi kapagini sikin ve sogutucu
kacaklarini kontrol edin.

Oge Sikma torku (N-m)

Servis agzi kapagi 11~14

7.2.7 Sogutucu borularini dis Uniteye baglamak igin

= Boru uzunlugu. Saha borularini miimkun oldugunca kisa tutun.
= Borularin korunmasi. Saha borularini fiziksel hasara karsi koruyun.

1 ¢ Uniteden gelen sivi sogutucu akiskan baglanti parcasini dis Gnitenin sivi
kesme vanasina baglayin.

a

o=
j I
J

[ =V

c b

a Sivistop vanasl
b Gaz stop vanasi
c Servis agzi

2 ¢ Uniteden gelen gaz sogutucu akiskan baglanti parcasini dis Unitenin gaz stop
vanasina baglayin.

DIiKKAT
ic ve dis Unite arasindaki sogutucu akiskan borularinin bir kanal icerisine

yerlestirilmesi veya sogutucu akiskan borularinin koptkle sarilmasi énerilir.

7.3 Sogutucu akiskan borularinin kontroll

7.3.1 Sogutucu akiskan borularinin kontroll hakkinda

Dis Unitenin dahili sogutucu borularinin kacak testi fabrikada yapiimistir. Sadece dis
Unitenin harici sogutucu borularini kontrol etmeniz gerekir.

Sogutucu borularinin kontroliinii yapmadan 6nce

Dis Unite ve i¢ Unite arasindaki sogutucu borularinin baglandigindan emin olun.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Tipik is akisi

Sogutucu borularinin kontrolU tipik olarak asagidaki asamalardan olusur:

1 Sogutucu borularinda kacaklarin kontrol edilmesi.

2 Sogutucu borularindaki nem, hava veya azotun tamamiyla alinmasi icin vakumla
kurutma yapilmasi.

Sogutucu borularinda nem olma ihtimali varsa (6rnegin, borulara suyun girme
ihtimali), ilk nce nem tamamiyla alinana kadar asagidaki vakumla kurutma islemini
gerceklestirin.

7.3.2 Sogutucu borularinin kontroli sirasinda dikkat edilecekler

° BiLGi

l Ayni zamanda asagidaki bolimlerde bulunan dnlem ve gereksinimleri de okuyun:

= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 6]

= "7.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi" [» 34]

DIiKKAT

—-100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr mutlak) basinca bosaltma yapabilecek cek valfi
bulunan 2 kademeli bir vakum pompasi kullanin. Pompa calismazken pompa yaginin
sistemin icine ters olarak akmadigindan emin olun.

DIiKKAT

Bu vakum pompasini yalnizca R32 icin kullanin. Ayni pompanin farkli sogutucu
akiskanlari igin kullanilmasi pompaya veya Uniteye zarar verebilir.

DIiKKAT

@ @ ©

= Vakum pompasini gaz durdurma vanasinin servis portuna baglayin.

= Kagak testi veya vakumlu kurutma islemi gerceklestirmeden ¢nce gaz durdurma
vanasinin ve sivi durdurma vanasinin saglam sekilde kapatildigindan emin olun.

7.3.3 Kacak kontroll icin

DIKKAT
Unitenin maksimum calisma basincini GECMEYIN (bkz. “PS High”, (inite etiketi).

DIiKKAT

HER ZAMAN teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye edilen bir kopik testi ¢ozeltisi
kullanin.

ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:

= &

= Sabunlu su, havsa somunlari veya stop vanasi baslklari gibi bilesenlerin
¢atlamasina neden olabilir.

= Sabunlu su, borular sogudugunda donacak olan nemi emen tuz icerebilir.

= Sabunlu su, havsali baglantilarin asinmasina neden olabilecek amonyak icerir
(piring havsa somunu ile bakir havsa arasinda).

1 Sistemi, en az 200 kPa'lik (2 bar) bir gosterge basinci elde edilinceye kadar
nitrojen gaziyla doldurun. Kuclk kacaklarin tespit edilmesi icin 3000 kPa'ya
(30 bar) kadar basinclandiriimasi 6nerilir.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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2 Kabarcik testi ¢ozeltisini tim baglantilara uygulayarak kacak olup olmadigini
kontrol edin.

3 Tum azot gazini tahliye edin.

7.3.4 Vakumla kurutma yapmak icin

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
Vakumla kurutma islemleri tamamlanmadan 6nce stop vanalarinit ACMAYIN.

Vakum pompasini ve manifoldu su sekilde baglayin:

a C
Q1Q
—)0 Ci—e

P IR

Gaz stop vanasi
Sivi stop vanasi

a Algak basing manometresi
b Manometre manifoldu

¢ Yuksek basing manometresi
d Algak basing vanasi (Lo)

e Yiksek basing vanasi (Hi)
f Sarjhortumlari

g Vakum pompasi

h Vana basligi

i Servisagz

i

k

1 Manifold tzerindeki basing —0,1 MPa (-1 bar) olana kadar sistemi vakumlayin.

2 4-5 dakika boyunca oldugu gibi birakin ve ardindan basinci kontrol edin:

Eger basing... O zaman...

Degismiyorsa Sistemde nem yoktur. Bu prosedur
tamamlanmistir.

Artiyorsa Sistemde nem vardir. Bir sonraki
adima gecin.

3 Sistemi en az 2 saat boyunca -0,1 MPa (-1 bar) manifold basincina kadar
vakumlayin.

4 Pompayl KAPALI konuma getirdikten sonra, basinci en az 1 saat boyunca
kontrol edin.

5 Hedef vakum degerine ULASILMAZSA veya vakum 1 saat boyunca
KORUNAMAZSA, su islemleri uygulayin:

= Kacak olmadigini tekrar kontrol edin.
» Vakumlu kurutma islemini tekrarlayin.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Tl

DIiKKAT

Sogutucu borularini bagladiktan ve vakumlu kurutma yaptiktan sonra stop vanalarini
actiginizdan emin olun. Sistemin stop vanalari kapall olarak calistirilmasi kompresori
bozabilir.

i @

BILGI

Kesme vanasi aglldiktan sonra, sogutucu akiskan borularindaki basincin
YUKSELMEMESI mimkiindir. Bu durum 6érnegin dis Unite devresinde genlesme
vanasinin kapali olmasindan kaynaklaniyor olabilir, ancak Unitenin dogru calismasi
icin KESINLIKLE sorun teskil etmez.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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8 Sogutucu akiskan doldurma
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8.4 ilave sogutucu miktarini belirlemek igin...... 46

8.5 Tamamen yenileme miktarini belirlemek igin..
8.6 ilave sogutucu sarj etmek igin ..........co........
8.7 Florlu sera gazlari etiketini yapIStIrMak iGN .........ciiiiiiiiiiiee s 46

8.1 Sogutucu akiskan sarji hakkinda

Dis Unitenin sogutucu sarj fabrikada yapilmistir, ancak bazi hallerde asagidakilerin
yapilmasi gerekebilir:

Ne Zamani

ilave sogutucunun sarj edilmesi Toplam sivi borusu uzunlugu
belirtilenden fazla oldugunda (ileriye
bakin).

Sogutucunun tamamen yeniden sarj Ornek:

edilmesi . : e

Sistemin yeri degistirildigi zaman.

= Bir kacak sonrasinda.

Ilave sogutucunun sarj edilmesi

llave sogutucu sarj edilmeden énce, dis Unitenin harici sogutucu borularinin
kontrol edildiginden (kacak testi, vakumla kurutma) emin olun.

BiLGi

Unitenin ve/veya kurulumun kosullarina bagli olarak, sogutucu sarji yapabilmek igin
once elektrik kablolarinin baglanmasi gerekebilir.

i

Tipik is akisi — Sogutucu sarji tipik olarak asagidaki asamalardan olusur:
1 llave sarj gerekip gerekmediginin ve ne kadar sarj edileceginin belirlenmesi.
2 Gerektiginde ilave sogutucunun sarj edilmesi.

3 Florlu sera gazlari etiketinin doldurulmasi ve dis Unitenin icine tutturulmasi.

Sogutucunun tamamen yeniden sarj edilmesi

Sogutucu tam olarak yeniden sarj etmeden 6nce, asagidakilerin yapildigindan emin
olun:

1 Sistemdeki tim sogutucu geri alinir.

2 Dis Unitenin harici sogutucu borulari kontrol edilmelidir (kacak testi, vakumla
kurutma).

3 Dis Unitenin dahili sogutucu borularinda kacak testi yapilmaldir.

DIKKAT
Tamamen vyeniden sarj etmeden oOnce dis Unitenin dahili sogutucu akiskan

borularinda da vakumla kurutma islemi gerceklestirin.

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Tipik is akisi — Tam olarak sogutucu sarji tipik olarak asagidaki asamalardan olusur:
1 Ne kadar sogutucu sarj edileceginin belirlenmesi.
2 Sogutucu sarjl.

3 Florlu sera gazlari etiketinin doldurulmasi ve dis Unitenin icine tutturulmasi.

8.2 Sogutucu hakkinda

Bu Urln florlu sera gazlari icerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32
Kuresel 1Isinma potansiyel (GWP) degeri: 675

ilgili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kacaklarinin kontrol edilmesi
gerekebilir. Daha fazla bilgi icin montajcinizla temas kurun.

@ UYARI: HAFIF YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI
= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti

YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

= Tam alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kacak yaptigi kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar Uniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler, calisan bir gazli gerec veya

calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz c¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI
Kazaen sizan sogutucuya KESINLIKLE dogrudan temas etmeyin. Bu, soguk isirmasinin

yol actigl ciddi yaralara sebep olabilir.

8.3 Sogutucu sarji yapilirken dikkat edilecekler

BiLGi

Ayni zamanda asagidaki bolimlerde bulunan énlem ve gereksinimleri de okuyun:

i @

= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 6]

= "7.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi" [» 34]
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8.4 llave sogutucu miktarini belirlemek icin

Toplam sivi borusu Durum...
uzunlugu...
<10m ilave sogutucu akiskan EKLEMEYIN.
>10 mise R=(toplam sivi borusu uzunlugu (m)-10 m)x0,020
R=ilave sarj miktari (kg) (0,01 kg ve katlarina
yuvarlanir)

BiLGi

Boru uzunlugu sivi borularinin tek yonli uzunlugunu ifade eder.

i @

8.5 Tamamen yenileme miktarini belirlemek icin

BiLGi

Tamamen yenilenmesi gerekiyorsa, toplam sogutucu akiskan sarji: fabrika sogutucu
akiskan sarji (Unitenin bilgi etiketine bakin) + belirlenen ilave miktar.

i @

8.6 ilave sogutucu sarj etmek icin

UYARI
= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler patlamalara ve kazalara

neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiiresel i1sinma potansiyeli (GWP) degeri 675'tir. Bu
gazlarin atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu eldiven ve koruyucu gozliik takin.

DIKKAT
Kompresorin bozulmasini 6nlemek icin, belirlenmis miktardan fazla sogutucu sarj

ETMEYIN.

Onkosul: Sogutucu sarji yapmadan once, sogutucu borularinin baglandigindan ve
kontrol edildiginden (kacak testi ve vakumla kurutma) emin olun.

1 Sogutucu akiskan tlpln servis portuna baglayin.
2 ilave sogutucu miktarini sarj edin.
3 Gaz stop vanasini agin.

Sistem sokuldiginde veya yeri degistirildiginde sogutucu akiskanin tahliye edilmesi
gerekiyorsa, daha ayrintil bilgi icin bkz. "16.2 Sogutucu akiskani toplamak
icin" [» 65].

8.7 Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak icin

1 Etiketi asagidaki gibi doldurun:

Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Con(ains" inated gases a

f o-Jo— b
GWP: XXX e::kg__c

(2]
9 90:0- |kg——d
ﬂ,me%:okg= tCOeq-— e

a Cok dilli bir florlu sera gazi etiketi Unite ile birlikte verilirse (bkz. aksesuarlar), ilgili
dili soyup cikarin ve a'nin Ustline yapistirin.

Fabrika sogutucu sarji: Gnite isim plakasina bakin

Sarj edilen ilave sogutucu miktari

Toplam sogutucu akiskan miktari

Toplam sogutucu sarjinin florlu sera gazi miktari, ton CO, esdegeri olarak ifade
edilir.

GWP = Kuresel Isinma Potansiyeli

DIKKAT
Florlu sera gazlari hakkindaki gecerli mevzuat, Gnitenin sogutucu sarjinin hem agirlik

hem de CO, esdegeri olarak belirtilmesini gerektirir.

o QnT

-+

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil: Sogutucunun GWP degeri x
toplam sogutucu sarji [kg olarak]/1000

Sogutucu sarj etiketinde belirtilen GWP degerini kullanin.

2 Etiketi dis Unitenin igine, gaz ve sivi stop vanalarinin yakinina yapistirin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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9 Elektrikli bilesenler

Bu bdlimde
9.1 Elektrik kablolarinin baglanmast RakKiNda .........coiiiiii ettt
9.1.1 Elektrik kablolari baglanirken OnIEMIET ..........cccoiiiiiiiii i
9.1.2 Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler...
9.1.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonIar ............cooiiiiiieieece e
9.2 Elektrik kablolarini dis initeye Daglamak iGN ... ...oo i

9.1 Elektrik kablolarinin baglanmasi hakkinda

Tipik is akisi

Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:

1

GUg¢ besleme sisteminin Unitenin elektrik 6zelliklerine uygun oldugundan emin
olunmasi.

Elektrik kablolarinin dis Giniteye baglanmasi.
Elektrik kablolarinin i¢ Gniteye baglanmasi.
Ana gl¢ beslemesinin baglanmasi.

9.1.1 Elektrik kablolari baglanirken onlemler

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: ELEKTRiIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Tum elektrikli parcalar (termistorler dahil) glc kaynagi tarafindan beslenir. Bunlara
ciplak elle DOKUNMAYIN.

> B

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Servis islemine baslamadan 6nce, gli¢ beslemesini 10 dakikadan daha uzun bir sire
kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri arasindaki
gerilimi 6lgln. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi igin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari igin kablo semasina bakin.

5 g
U

DC+

DC-

Multimetre (DC voltaj arahigr)

S80 — tersleyici solenoid vanasi baglanti teli
S70 — fan motoru baglanti teli

LED

S90 — termistor baglanti teli

S20 — elektronik genlesme vanasi baglanti teli
S40 — termal asiri yuk rélesi baglanti teli

DB1 —diyot kopris

0@ -~ Q00 T O

Montér basvuru kilavuzu 4 DAIKIN
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UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve
ilgili ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

® Sahada temin edilen tim bilesenler ve tum elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

GUg besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.

A
A UYARI

. BiLGi

l Ayrica, "2 Genel glvenlik onlemleri" [ 6] boliminde agiklanan onlemleri ve
gereksinimleri okuyun.

N BiLGI
l Ayni zamanda "9.1.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari" [» 52] bahsi
okunmalidir.

c UYARI
* Glg beslemesinde N fazi yoksa veya hatali ise, cihaz bozulabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmasina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin 6zellikle de
yiksek basing tarafindaki borulara veya keskin kenarlara temas etmemesine
dikkat edin.

* Hasar gormus kablolari, uzatma kablolari veya yildiz sistemi baglantilarini
kullanmayin. Aksi takdirde, asiri 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin meydana
gelebilir.

= Bu Unitede bir inverter bulundugundan, faz ilerletme kapasitori TAKMAYIN. Faz
ilerletme kapasitori performansi dislrir ve kazalara sebebiyet verebilir.

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Ill altinda tam ayirma saglayan, temas noktasi bosluklari
arasinda en az 3 mm olan tim kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan vermemek icin imalatgi, onun servis
temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Gli¢ beslemesini i¢ Gniteye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde, elektrik carpabilir veya
yangin cikabilir.

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik parcgalarini Grtintin igerisinde KULLANMAYIN.

> B B P

® Drenaj pompasl vb. icin glic beslemesini terminal blogundan dallanma YAPMAYIN.
Aksi takdirde, elektrik carpabilir veya yangin gikabilir.
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UYARI
Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini isi yalitimsiz bakir borulardan

uzak tutun.

9.1.2 Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler

Asagidakileri akilda tutun:

DIKKAT
Tek parca (tek damarl) teller kullanmanizi éneririz. Orgiilii tellerin kullaniimasi

durumunda, u¢ kelepgesinde dogrudan kullanim igin veya vyuvarlak sikistirma
stilindeki terminale yerlestirme igin iletkenin ucunu saglamlastirmak amaciyla érguleri
hafifge bukun.

Orgiilii iletkenli kabloyu montaja hazirlamak igin
Yéntem 1: iletkeni bilkkmek
1 Kablolarin uglarindaki yalitimi (20 mm) soyun.

2 "Tek parca benzeri" baglanti olusturmak icin iletkenin ucunu hafifce bakin.

w

.

~J

T W4

Yontem 2: Yuvarlak sikistirma stilindeki terminali kullanmak
1 Kablolardaki yalitimi soyun ve her kablonun ucunu hafifce bikan.

2 Kablonun ucuna yuvarlak sikistirma stilinde bir terminal takin. Yuvarlak kablo
pabucunu kabloya siyrilan alani kapatacak sekilde takin ve terminali uygun bir

aletle sikin.
|
Montor basvuru kilavuzu 4 DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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Kablolar1 déserken su yontemleri kullanin:

Kablo tipi Montaj yontemi
Tek damarli tel ‘|:'|°
Veya A @ | A} . AA
"Tek parca benzeri" —@—
baglantiicin bakdlmus 1 4 a

orgilu iletkenli kablo

a Kivrimli (tek damarli veya bikilmus orgili iletkenli
kablo)

b Vida

¢ DUz pul

Yuvarlak kablo pabuclu
orgul iletken kablo

a Terminal
b Vida

¢ Diz pul

+ lzin verilir
X izin VERILMEZ

Sikma torklan

Oge Sikma torku (Nem)
M4 (X1M) 1,5~1,6
M4 (toprak) 1,4~1,5

= Kablo tutucu ve terminal arasindaki topraklama kablosu diger kablolardan daha
uzun olmalidir.

1-3

&
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9.1.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari

Bilesen
GUc¢ besleme kablosu Voltaj 220~240V
Guncel RXA20: 9,88 A
RXA25:11,17 A
RXA35:12,29 A
RXM20: 8,84 A
ARXM25 / RXM25: 9,63 A
ARXM35 / RXM35: 9,70 A
Faz 1~
Frekans 50 Hz

Kablo ebatlari Ulusal kablo tesisat
yonetmeliklerine uygun

OLMALIDIR
3 damarli kablo

Kablo boyutu akima baglidir,
ancak 2,5 mm?'den az olamaz

Ara baglanti kablosu Voltaj 220~240V

(ige>dig)

Kablo boyutu Sadece cift yalitim sunan ve

gecerli voltaja uygun olan
uyumlu kablo kullanin

4 damarli kablo

Minimum 1,5 mm?

Onerilen devre kesici Sinif 20: 10 A

Sinif 25+35: 13 A

Ulusal kablo tesisat
yonetmeliklerine uygun

Toprak kacagi devre kesici / artik akim devre
kesici

OLMALIDIR

9.2 Elektrik kablolarini dis Uniteye baglamak icin

1 Servis kapagini ¢ikartin. Bkz. "6.2.2 Dis Uniteyi agmak icin" [» 30].

2 Kablolarin uglarindaki yalitimi (20 mm) soyun.

a Kabloyu bu noktaya kadar soyun.
b Kablonun gereginden fazla siyrilmasi elektrik carpmasina veya kacaga yol agabilir

3 Kablo pabucunu agin.

4 Ara baglanti kablosunu ve glic beslemesini su sekilde baglayin:

Montor basvuru kilavuzu
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50 Hz
220-240 V

Ara baglanti kablosu
GUg besleme kablosu
Devre kesici

Artik akim cihazi

GUg beslemesi
Toprak

-0 Q n T Q

®
Hiololelo
Al

5 Terminal vidalarini saglam sekilde sikin. Yildiz tornavida kullanmanizi dneririz.

6 Servis kapagini monte edin.
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10 Dis Unitenin montajinin tamamlanmasi

10.1 Dis Unite montajini tamamlamak icin

C TEHLIKE: ELEKTRiIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

= Sistemin diizgln topraklandigindan emin olun.
= Bakim yapmadan 6nce glic kaynagini KAPATIN.

= Gug¢ kaynagini agmadan 6nce anahtar kutusu kapagini takin.

DIiKKAT
ic ve dis Unite arasindaki sogutucu akiskan borularinin bir kanal igerisine

yerlestirilmesi veya sogutucu akiskan borularinin képtkle sarilmasi 6nerilir.

1 Sogutucu akiskan borularini ve kablolari asagida gosterildigi sekilde yaltin ve
sabitleyin:

a Gazborusu

b Gaz borusu yalitimi

¢ Ara baglanti kablosu

d Saha kablolari (uygulanabilir ise)
e Siviborusu

f Sivi borusu yalitimi

g Sonislem bandi

2 Servis kapagini takin.

10.2 Dis Uniteyi kapatmak icin

DIKKAT
Dis Unite kapagini kapatirken, sikma torkunun 1,3 Nem degerini GECMEDIGINDEN

emin olun.
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11 Yapilandirma

11.1 Tesis ayari

Dislk dis sicakliklarda sogutma icin bu fonksiyonu kullanin. Bu fonksiyon, bilgisayar
ekipmani odalari gibi tesisler icin tasarlanmistir. insanlarin bulundugu konut veya
ofislerde KESINLIKLE kullanmayin.

Sunlar icin gegerlidir: RXM-R9, ARXM-R9, RXA-A9

11.1.1 Tesis modunu ayarlamak igin

PCB Uzerindeki J6 atlama telini kesildiginde, calisma araligl —15°C'ye kadar genisler.
Dis ortam sicakligi —20°C'nin altina duserse tesis modu durur ve sicakhk tekrar
yikseldiginde yeniden baslar.
J6 atlatma telini kesmek igin

1 Dis Unitenin Ust plakasini ¢ikarin.

2 On plakayi cikarin.

3 Damlama onleyici kapag ¢ikarin.

4

Dis Unite PCB'si Uzerindeki J6 atlatma telini kesin.

BILGI
= [¢ Gnite faninin ACIK ve/veya KAPALI konuma gelmesi nedeniyle, i¢ tnite Aralikli
ses Uretebilir.

i @

= Tesis modunu kullanirken odalara nemlendiriciler veya nemi arttirabilecek diger
maddeler YERLESTIRMEYIN.

= J6 atlatma telinin kesilmesi i¢ Unite fanini en yiksek hiza ayarlar.

® Bu ayari konutlarda veya insanlarin bulundugu ofislerde KULLANMAYIN.

11.2 Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu islevi

11.2.1 Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu islevi hakkinda

Bu mod, dis Unitenin gli¢ beslemesini KAPATIR ve Unitenin gi¢ tiketimini azaltmak
Uzere i¢ Uniteyi bekleme tasarruf moduna getirir.

Bu mod, sadece dis Uniteler i¢in gegerlidir: ARXM-R9, RXM-R9 ve i¢ Uniteler: FTXM,
ATXM, FVXM.
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BILGI
Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu SADECE vyukarida aciklanan dniteler igin
kullanilabilir.

i @

UYARI
Konektorii baglamadan veya cikarmadan énce, giic beslemesinin KAPATILDIGINDAN
emin olun.

BILGI
Gegerli i¢ Unite haricinde bagli ise, bekleme sirasinda elektrik tasarrufu icin segici
konektor gereklidir.

i @

11.2.2 Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu islevini ACMAK igin

Onkosul: Ana giic beslemesi KAPATILMALIDIR.
1 Servis kapagini ¢ikartin.

2 Secici bekleme sirasinda elektrik tasarrufu konnektdrinG ayirin.
ST ele N\ giigigiig _\
® ®

Sny
|m|:|
Qo

@ 4 &) P & H4E P ®

3 Ana gic beslemesini ACIK konuma getirin.
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12 Isletmeye alma

DIKKAT
Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bolimdeki devreye alma talimatlarinin

yaninda, Daikin Business Portal (kimlik dogrulama gerekir) icinde genel bir devreye
alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bolimdeki talimatlarin tamamlayicisidir ve
devreye alma ve kullaniclya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu olarak

kullanilabilir.
Bu bélimde
12.1  Devreye alma sirasinda dikkat @dilECEKIET ...........ooiiiiiiiee ettt 57
12.2  isletmeye alma 6ncesi kontrol listesi 57
12.3  Devreye alma SIrasinda KONTIOI ISTESi......ouiuiieiiiiiieti ettt s ettt s ettt en s 58
12.4  Birtest calistirmast ercekIEStirMEK 1IN ......o.iiiiiiieii ettt 58
12.5 DI UNIEENMIN GAIIGTITIMAST ..ttt ettt ettt b et s et s bttt st ee st e st es et eneeens 59

12.1 Devreye alma sirasinda dikkat edilecekler

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Test isletimini gerceklestirirken SADECE dis tinite DEGIL ayni zamanda bagli ic tnite
de calisacaktir. Test isletimi gerceklestirirken bir i¢ Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndigiinde yaralanmaya neden olur.

iIKAZ
i¢ Uiniteler tizerinde ¢alisirken test isletimini GERCEKLESTIRMEYiN.

DIiKKAT

Glcun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresori korumak igin calistirmadan
6 saat once glict ACIK konuma getirin.

Test calistirmasi sirasinda, dis Unite ve ic Gniteler calismaya baslar. Tim i¢ Unitelerin
hazirliklarinin tamamlandigindan emin olun (saha borulari, elektrik kablo tesisati,

hava tahliyesi, ...). Ayrintilar icin i¢ Unitelerin montaj kilavuzuna bakin.

12.2 isletmeye alma dncesi kontrol listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asagida listelenen 6geleri kontrol edin.

2 Uniteyi kapatin.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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3 Uniteye enerji verin.

(] i¢ tinite dogru sekilde monte edilmelidir.

(] Dig Uinite dogru sekilde monte edilmelidir.

(] Sistem duzgiin sekilde topraklanmali ve toprak terminalleri sikilmalidir.

(] Gii¢ besleme gerilimi, Gnite tanitma etiketi Gzerindeki gerilime uymalidir.

(] Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya hasarli elektrik bileseni
bulunmamalidir.

] ic ve dis Unitelerin icerisinde KESINLIKLE hasarli bilesen veya sikismus borular
bulunmamalidir.

] KESINLIKLE sogutucu akigskan kagagi bulunmamalidir.

(] Sogutucu akigkan borulari (gaz ve sivi) termal olarak yahtilmalidir.

(] Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde yalitiimalidir.

(] Dis Unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen agik olmalidir.

(] Asagidaki saha kablolari, bu kilavuza ve ilgili mevzuata uygun olarak dis Unite ile i¢ Unite
arasina dosenmelidir.

(] Drenaj
Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.
Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

(] ic tnite kullanicr arabiriminin sinyallerini alir.

(] Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

(] Sigortalar, devre kesiciler veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu kilavuza uygun
olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.

12.3 Devreye alma sirasinda kontrol listesi

]

Hava tahliyesi gerceklestirmek igin.

]

Bir test isletmesi gerceklestirmek igin.

12.4 Bir test calistirmasi gerceklestirmek icin

Onkosul: Giic beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

Onkosul: Test calistirmasi sogutma veya isitma modunda gerceklestirilebilir.

Onkosul: Test calistirmasi, tim fonksiyonlarin ve parcalarin diizgiin calistigindan
emin olmak icin i¢ Gnitenin kullanim kilavuzuna uygun olarak gerceklestirilmelidir.

1

Sogutma modunda, programlanabilir en disik sicakhgl secin. Isitma modunda,
programlanabilir en ylksek sicakhgl secin. Gerekirse test calismasi devre disi
birakilabilir.

Deneme calistirmasi tamamlandiginda, sicakligi normal bir seviyeye ayarlayin.
Sogutma modunda: 26~28°C, isitma modunda: 20~24°C.

Unite KAPALI konuma getirildikten 3 dakika sonra sistem calismayi durdurur.

Montor basvuru kilavuzu
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BiLGI
= Unite KAPALI olsa bile elektrik tiiketir.

i @

= Elektrik kesintisinden sonra gli¢ tekrar acildiginda, daha 6nce segilmis olan moda
geri donalur.

12.5 Dis Unitenin calistiriimasi

Sistemin yapilandirilmasi ve devreye alinmasi icin i¢ inite montaj kilavuzuna bakin.
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13 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde calismaya basladiginda,
asagidaki hususlarin kullanici tarafindan anlasildigindan emin olun:

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve kullanicidan bu
doklimanlari daha sonra basvurmak lzere saklamasini isteyin. Kullaniciyr tim
belgeleri bu kilavuzda daha once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda
bilgilendirin.

= Kullaniclya sistemin nasil dogru sekilde calistirilacagini ve herhangi bir sorunla
karsilasmasi halinde ne yapacagini aciklayin.

= Kullaniciya Gnitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri aciklayin.

= Kullaniciya kullanim kilavuzunda verilen enerji tasarrufu ipuclarini agiklayin.
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14 Bakim ve servis

Urlintn émri 10 yildir.

TUum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer almaktadir.

Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanhk tarafindan olusturulan Servis Bilgi
Sisteminde yer almaktadir.

DIKKAT
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini dneririz. Ancak, yurirlikteki mevzuat daha kisa
bakim araliklari gerektirebilir.

DIKKAT
Florlu sera gazlan ile ilgili olarak yirurlikte olan mevzuat, tnitenin sogutucu akiskan

sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak gésterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi icin kullanilacak formiil: Sogutucu
akiskanin GWP degeri x toplam sogutucu akiskan sarji [kg] / 1000

14.1 Genel bakis: Bakim ve servis

Bu bolimde su hususlarla ilgili bilgiler yer alir:
= Bakim glvenlik 6nlemleri

= Dis Unitenin yillik bakimi

14.2 Bakim glvenlik onlemleri

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

C TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

DIKKAT: Elektrostatik desarj riski
Herhangi bir bakim veya servis calismasi gerceklestirmeden once, statik elektrigi

onlemek ve PCB'yi korumak igin Unitenin metal bir pargasina dokunun.
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UYARI
= Herhangi bir bakim veya onarim faaliyetini gerceklestirmeden 6nce, HER ZAMAN

besleme panelindeki devre kesiciyi kapatin, sigortalari ¢ikarin veya Unitenin
koruma cihazlarini agin.

Yiksek voltaj riski dolayisiyla, glic beslemesi kapatildiktan sonra 10 dakika streyle
canli parcalara DOKUNMAYIN.

Elektrik eleman kutusunun bazi kisimlarinin sicak olduguna lutfen dikkat edin.

iletken bir kisma DOKUNMADIGINIZDAN emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE yikamayin. Aksi takdirde, elektrik carpmasi veya yangin
tehlikesi ortaya cikar.

14.3 Dis Unitenin yillik bakimiicin kontrol listesi

Asagidaki parametre ve bilesenleri en az yilda bir defa kontrol edin:
= |s1 esanjord

Dis Unitenin 1sI esanjord zamanla toz, pislik, yaprak vb. nedeniyle tikanabilir. Isi
esanjorinin yilhk olarak temizlenmesi dnerilir. Tikanan bir 1s1 esanjori basincin
cok fazla dismesine veya cok fazla ylkselmesine ve dolayisiyla performansin
dismesine neden olabilir.

14.4 Kompresor hakkinda

Kompresore servis yaparken asagidaki onlemleri aklinizda bulundurun:

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
= Bu kompresori yalnizca topraklanmis bir sistemde kullanin.
= Kompresore servis yapmadan 6nce glici kapatin.

= Servis sonrasl anahtar kutusu kapagini ve servis kapagini geri takin.

iKAZ

DAIMA koruyucu gozliikler ve koruyucu eldivenler kullanin.

@ TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
= Kompresoru gikarmak icin bir boru kesici kullanin.

= Sert lehim tor¢cu KULLANMAYIN.

= Sadece onaylanmis sogutucu ve yaglayicilari kullanin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi
Kompresore ciplak elle DOKUNMAYIN.
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15 Sorun giderme

15.1 Genel bakis: Sorun giderme

Bu bolimde sorun ¢ikmasi durumunda yapiimasi gerekenler aciklanmistir.

Belirtilere gbre sorunlarin ¢dztlmesiyle ilgili bilgiler icerir.

Sorun giderme 6ncesinde

Unitede bastan sona gozle muayene gerceklestirin ve gevsek baglantilar veya
kusurlu kablo baglantilari gibi belirgin kusurlari arayin.

15.2 Sorun giderme sirasinda dikkat edilecekler

C TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

é TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

UYARI
= Unitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA (nitenin ana

sebekeyle baglantisinin kesildiginden emin olun. ilgili devre kesiciyi kapatin.

= Bir emniyet cihazi faaliyete gectiginde, onu eski durumuna getirmeden 6nce
Uniteyi durdurun ve emniyet cihazinin neden harekete gectigini anlayin.
KESINLIKLE emniyet cihazlarinin yéniini saptirmayin veya fabrika ayari disindaki
bir degere degistirmeyin. Sorunun nedenini bulamiyorsaniz, saticinizi arayin.

UYARI
Termal kesicinin yanlishkla sifirlanmasindan o6tliri dogabilecek bir tehlikeden

kacinmak icin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamalidir.

15.3 Sorunlarin belirtilere gdre ¢ozilmesi

15.3.1 Belirti: ic Uniteler distyor, titresim ya da glrilti Gretiyor

Olasi nedenler Diizeltme faaliyeti

ic Uniteler giivenli bir sekilde monte ic Uniteleri glivenli bir sekilde monte
EDILMEMIS. edin.

15.3.2 Belirti: Unite 1sitma veya sogutma islemini beklendigi gibi gerceklestirmiyor

Olasi nedenler Diizeltme faaliyeti
Elektrik kablolarinin yanlis baglantisi Elektrik kablolarini dogru baglayin.
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Olasi nedenler

Diizeltme faaliyeti

Gaz kacagl

Gaz kacagi olup olmadigini kontrol edin.

15.3.3 Belirti: Su kacag|

Olasi nedenler

Diizeltme faaliyeti

Tamamlanmamis isi yalitimi (gaz ve sivi
borulari, drenaj hortumu uzatmasinin
icerde kalan kisimlart).

Boru tesisati ve drenaj hortumu isi
yalitiminin tamamlandigindan emin
olun.

Yanhs baglantili drenaj.

Drenaji emniyete alin.

15.3.4 Belirti: Elektrik kacagi

Olasi nedenler

Diizeltme faaliyeti

Unite dogru sekilde TOPRAKLANMAMIS.

Topraklama kablosunun baglantisini
kontrol edin ve dizeltin.

15.3.5 Belirti: Unite calismiyor veya yanik hasari

Olasi nedenler

Diizeltme faaliyeti

Kablo baglantisi teknik 6zelliklere uygun
olarak YAPILAMAMIS.

Kablo baglantilarini dizeltin.

15.4 Dis Unite PCB'si Gzerindeki LED'i kullanilarak ariza teshisi

LED... Teshis

Normal.

» yanip

sénuyor

= i¢ Uniteyi kontrol edin.

Lt ACIK

kontrol

= Glcl kapatip acin ve LED'i yaklasik 3 dakika icinde

edin.

LED yine ACIK ise, dis tnite PCB'si arizalidir.

[ ] KAPALI 1

Besleme gerilimi (enerji tasarrufu igin).
GUc¢ besleme arizasi.

3 Glcu kapatip ac¢in ve LED'i yaklasik 3 dakika icinde
kontrol edin.

LED yine KAPALI ise, dis Unite PCB'si arizalidir.

A\

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
= Unite CALISMAZKEN, glic tasarrufu yapmak i¢in PCB tizerindeki LED'ler KAPALIDIR.
= LED'ler KAPALI oldugunda bile, terminal blogu ve PCB enerjili olabilir.

Montor basvuru kilavuzu
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16 Bertaraf

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri déniistirme ve kazanim icin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.

16.1 Genel bakis:

Bertaraf

Tipik is akisi

Sistemin bertaraf edilmesi tipik olarak asagidaki asamalardan olusur:

1
2

Sistemin gazi toplanmalidir.
Sistem Ozel bir isleme tesisine goturilmelidir.

BiLGi

[ ]
l Daha ayrintili bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

16.2 Sogutucu akiskani toplamak icin

Ornek: Cevreyi korumak icin Uniteyi tasirken veya (niteyi bertaraf ederken
pompayl bosaltin.

@ TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
L: Bosaltma — Sogutucu akiskan kagagi. Sistemi bosaltmak istiyorsaniz ve sogutucu

akiskan devresinde bir kagak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucu akiskani dis Uniteye toplamak igin kullanabileceginiz,
Unitenin otomatik bosaltma islevini KULLANMAYIN. Olasi sonug: Hava, calisan
kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine yanabilir ve patlayabilir.

= Unite kompresoriinin calismasina GEREK KALMAMASI icin ayri bir geri kazanim
sistemi kullanin.

DIiKKAT
Sogutucu akiskan toplama islemi sirasinda, sogutucu akiskan borularini sokmeden

once kompresord durdurun. Sogutucu akiskan toplama islemi sirasinda kompresor
hala calisiyorsa ve durdurma vanasi acik konumdaysa, sisteme hava gekilir. Sogutucu
akiskan devresindeki anormal basing nedeniyle kompresor bozulabilir veya sistem
hasar gorebilir.

Sogutucu akiskan toplama islemi sonucunda sistemdeki tim sogutucu akiskan dis
Uniteye bosalir.

1
2

Sivi stop vanasi ile gaz stop vanasindan vana bashgini sokin.

Zorunlu sogutma uygulayin. Bkz. "16.3 Zorlamali sogutmayi baslatmak ve
durdurmak icin" [» 66].

5 ila 10 dakika (cok dusik dis ortam sicakliklarinda (<-10°C) yalnizca 1 veya
2 dakika) sonra sivi durdurma vanasini bir altigen anahtarla kapatin.

Vakum degerine ulasilip ulasiimadigini manifolddan kontrol edin.
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5 2-3 dakika sonra, gaz stop vanasini kapatin ve zorunlu sogutmayi durdurun.

a Gazstop vanasl
b Kapatma yonu

¢ Altigen anahtar
d Vana tapasi

e Sivistop vanasi

16.3 Zorlamali sogutmayi baslatmak ve durdurmak icin

Zorunlu sogutma gerceklestirmek icin 2 yontem vardir.
= Yéntem 1. i¢ Ginite ON/OFF anahtarini (i¢ Ginitede bulunuyorsa) kullanarak.

= Yéntem 2. i¢ tinite kullanici arabirimini kullanarak.

16.3.1 ic tinite ACMA/KAPAMA anahtarini kullanarak zorunlu sogutmayi baslatma ve durdurma

1 ON/OFF anahtarina en az 5 saniye sureyle basin.

Sonug: isletim baslayacaktir.

BiLGi

[
l Zorunlu sogutma 15 dakika sonra otomatik olarak durur.

2 isletimi daha erken durdurmak icin ON/OFF anahtarina basin.

16.3.2 ic tnite kullanici arabirimini kullanarak zorunlu sogutmayi baslatma ve durdurma

1 isletim modunu sogutma olarak ayarlayin. ic (initenin montaj kilavuzundaki
"Bir test ¢alistirmasi gerceklestirmek icin" bahsine bakin.
Not: Zorunlu sogutma yaklasik 30 dakika sonra otomatik olarak durur.

2 isletimi daha erken durdurmak icin ON/OFF anahtarina basin.

. BILGI
l Zorunlu sogutma kullaniliyor ve dis sicaklik <=10°C ise, emniyet cihazi isletime mani
olabilir. Dis tinitedeki dis sicaklik termistériini >~10°C'ye isitin. Sonug: isletim baslar.
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17 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel
erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin Business Portal Gzerinden ulasilabilir
(kimlik denetimi gerekir).

17.1 Kablo semasi

Kablo semasi liniteyle birlikte verilir, dis iinitenin i¢ kisminda (lst plakanin alt
tarafinda) bulunur.

17.1.1 Birlesik kablo semasi aciklayici bilgiler

Uygulanan parcgalar ve numaralandirma icin Unitenin Uzerindeki kablo baglanti
semasina bakin. Parca numaralandirma, her bir parca icin artan dizende Arap
rakamlariile ve asagidaki genel bakista parca kodunda "*" ile gosterilir.

Sembol Anlami Sembol Anlami
__~__ | Devre kesici D Koruyucu topraklama
$ "
e
- Baglanti Koruyucu topraklama (vidast)
eae- e[} | Konektor ® Dogrultucu
L Toprak G- Role konektorl
W W:- |Saha kablolari @ Kisa devre konektord
-+ |sSigorta o Terminal
A ¢ Gnite EEE Terminal seridi
.jW_\L Dis Unite o e Kablo kelepgesi
A .
_)/ Artik akim cihazi
Sembol Renk Sembol Renk
BLK Siyah ORG Turuncu
BLU Mavi PNK Pembe
BRN Kahverengi PRP, PPL Mor
GRN Yesil RED Kirmizi
GRY Gri WHT Beyaz
SKY BLU GOk mavisi YLW Sarl
Sembol Anlami
A*P Baski devre karti
BS* Basma buton ACMA/KAPAMA, isletim
anahtari
RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9 | 4 DAIKIN Montor basvuru kilavuzu
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Sembol Anlami
BZ, H*O ikaz sesi
c* Kapasitor

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Baglanti, konektor

D*, V¥*D Diyot

DB* Diyot koprisu
DS* DIP anahtari
E*H Isiticl

FU*, F*U, (Ozellikleri icin, Unitenizin Sigorta

icindeki PCB'ye bakin.)

FG* Konektor (govde topraklamasi)

H* Kablo demeti

H*P, LED*, V*L Pilot lamba, 1sik yayan diyot

HAP Isik yayan diyot (servis monitora yesil)

HIGH VOLTAGE Yiksek gerilim

IES Akilll gz sensori

IPM* Akilli glic modli

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Manyetik role

L Canli

L* Bobin

L*R Reaktor

M* Kademe motoru

M*C Kompresér motoru

M*F Fan motoru

M*p Drenaj pompasi motoru

M*S Yon degistirme motoru

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Manyetik role

N Notr

n=*, N=* Ferrit cekirdekten gecis sayisi

PAM darbe genlik modulasyonu

PCB* Baski devre kart

PM* GU¢ modili

PS Anahtarlamali glic besleme

PTC* PTC termistor

Q* Gegit kapisi izole edilmis ¢ift kutuplu
transistor (IGBT)

Q*C Devre kesici

Montor basvuru kilavuzu
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Sembol Anlami

Q*DlI, KLM Toprak kacagi devre kesicisi

Q*L Asliri yuk koruyucu

Q*M Termal anahtar

Q*R Artik akim cihazi

R* Direng

R*T Termistor

RC Alici

S*C Sinir anahtari

S*L Samandirali anahtar

S*NG Sogutucu kacak detektorl

S*NPH Basing sensorl (yuksek)

S*NPL Basing sensori (algak)

S*PH, HPS* Basing anahtari (yliksek)

S*PL Basing anahtari (algak)

S*T Termostat

S*RH Nem sensori

S*W, SW* Isletim anahtari

SA*, F1S Dalgalanma siperi

SR*, WLU Sinyal alici

SS* Secim anahtari

SHEET METAL Terminal seridi sabitleme plakasi

T*R Trafo

TC, TRC Verici

V¥, R*V Varistor

V*R Diyot képriisd, izoleli cift kutuplu
transistor (IGBT) giic moduli

WRC Kablosuz uzaktan kumanda

X* Terminal

X*M Terminal seridi (blok)

Y*E Elektronik genlesme vanasi bobini

Y*R, Y*S Tersleyici solenoid vana bobini

7*C Ferrit cekirdek

ZF, Z*F Garalta filtresi
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18 | Sézlik

18 Sozluk

Satici
Uriin icin satis distributéradir.

Yetkili montor
Urtiniin montajini yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kisidir.

Kullanici
Urtintin sahibi olan ve/veya riini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grlin ya da uygulama alani icin ilgili ve gecerli olan tim uluslararasi,
Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, dizenlemeler ve/veya
yonetmelikler.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisi gerceklestirme veya koordine etme kabiliyetine
sahip yetkili sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grlin veya uygulama icin tanimlanmis montaj, yapilandirma ve
bakiminin nasil yapilacagini agiklayan talimat el kitabidir.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin tanimlanmis, nasil calistirilacagini
aciklayan talimat el kitabidir.

Bakim talimatlari
Uriin veya uygulama (ilgili ise) montaji, yapilandirmasi, calistirmasi ve/veya
bakiminin nasil yapilacagini aciklayan, belirli bir Grin veya uygulama igin
tanimlanmis talimat el kitabidir.

Aksesuarlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gére monte edilmesi gereken ve Urln ile birlikte
teslim edilen ekipman, etiket, kilavuz ve bilgi formlaridir.

Opsiyonel cihazlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gore Urlinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan Uretilmis veya onaylanmis ekipmanlardir.

Sahadan temin edilir
Ekli belgelerdeki talimatlara gore Urinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan URETILMEMIS ekipmanlardir.
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