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1 | Om dette dokument

1 Om dette dokument

Malgruppe

Autoriserede installatgrer og slutbrugere

INFORMATION

[ ]
l Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede brugere i butikker, let
industri og pa garde, eller til kommerciel brug for teknikere.

Saet med dokumentation

Dette dokument er en del af et seet med dokumentation. Det komplette sat bestar
af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
- Sikkerhedsanvisninger, som du skal lzese fgr installation
- Format: papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Installations- og betjeningsvejledning til udendgrsenheden:
- Installations- og betjeningsvejledning

- Format: papir (i kassen til udendgrsenheden)
= Referencevejledning vedrgrende montering og brug:

- Forberedelse af installationen, referencedata, ...

- Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrgrende
almindelig og avanceret brug

- Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q til at
finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation findes pd det
regionale Daikin websted og fas hos din forhandler.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversattelser af den
originale vejledning.

1.1 Betydning af advarsler og symboler

FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stgd.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger/skoldning pd grund af
ekstremt hgje eller lave temperaturer.

didle

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

IS
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ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BREANDBART MATERIALE

FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

-] O BB P

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt pa enheden:

Symbol

Forklaring

4]

Laes installations- og betjeningsvejledningen samt
instruktionsarket om ledningsfgring, fgr installationen
pabegyndes.

=~

Laes servicevejledningen, fgr der udfgres vedligeholdelses- og
serviceopgaver.

L

Se installatgr- og brugervejledningen for flere oplysninger.

Enheden indeholder roterende dele. Veaer forsigtig under
service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol

Forklaring

Angiver en titel pa en figur eller en henvisning til den.

Eksempel: "& 1-3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".

i

Angiver en titel pa en tabel eller en henvisning til den.
Eksempel: "= 1-3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

| dette afsnit

2.1 THEINSEAITAEBIEN ..otttk h etk 8
211 Generelt.......... 8
2.1.2 INSTAIIAEIONSSTEART ...t 9
2.1.3 Kglemiddel — hvis der anvendes RALOA eller R32 ..ot 9
214 ETEKETISK .t 11

2.1 Tilinstallatgren

2.1.1 Generelt

Hvis du IKKE er sikker pa, hvordan enheden skal installeres eller betjenes, bedes du
kontakte din forhandler.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

= Kglergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres lige efter drift. De kan vaere
for varme eller for kolde. Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du ER N@DT TIL at rgre ved delene, skal du baere beskyttelseshandsker.

= Kglemiddel, der traenger ud ved et uheld, ma IKKE bergres.

ADVARSEL

Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehgr kan resultere i elektrisk
stgd, kortslutning, leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug KUN
tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt af Daikin, med
mindre andet er angivet.

ADVARSEL

Sgrg for, at installation, test og anvendte materialer er i overensstemmelse med
geeldende lovgivning (ud over instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

ADVARSEL

Bryd plasticemballagen og smid den vaek, sa ingen, isaer ikke bgrn, far fat pa den.
Mulig konsekvens: kvalning.

ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som
tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rgg eller brand.

FORSIGTIG

Brug passende personlige vaernemidler (handsker, sikkerhedsbriller m.m.) under
installation, vedligeholdelse og servicering af systemet.

> BB B P

FORSIGTIG

Rgr IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa enheden.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

FORSIGTIG
= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.

= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller sta oven pa den.

BEMARK
Arbejde pa udendgrsenheden udfgres bedst i tgrvejr for at undga indtraengen af

vand.

Gaeldende lovgivning kan kraeve, at man stiller en logbog til radighed sammen med
produktet, der som et minimum indeholder: oplysninger om vedligeholdelse,
reparation, testresultater, standby-perioder, ...

Som et minimum SKAL fglgende oplysninger findes pa et let tilgaengeligt sted pa
produktet:

= Instruktioner i nedlukning af systemet i tilfeelde af en ngdsituation
= Navn og adresse pa brandvaesen, politi og hospital
= Navn, adresse samt dag- og nattelefonnumre til service

| Europa giver EN378 den ngdvendige vejledning for denne logbog.

2.1.2 Installationsstedet

= Sgrg for tilstraekkelig plads rundt om enheden til service og luftcirkulation.

= Sgrg for, at installationsstedet kan holde til enhedens vaegt og vibrationer.

= Sgrg for, at omradet er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsabninger.
= Sgrg for, at enheden er i vater.

Installér IKKE enheden pa fglgende steder:

= | eksplosionsfarlig atmosfaere.

= P4 steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bglger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfgrer at
udstyret ikke virker korrekt.

= P3 steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af brandfarlige gasser
(f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller antaendeligt stgv.
= P4 steder, hvor der dannes atsende gas (f.eks. gasformig svovlsyre).

Korrosionsdannelse pd kobberrgr eller loddede dele kan medfgre kglemiddel-
lekage.

2.1.3 Kglemiddel — hvis der anvendes R410A eller R32

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen eller i
referencevejledningen vedrgrende montering af dit anleeg.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Nedtrykning — Kglemiddellaekage. Hvis du vil nedpumpe systemet og der er en

lekage i kplemiddelkredslgbet:

= Skal du IKKE bruge enhedens automatisk nedpumpningsfunktion, med hvilken du
kan samle al kglemidlet fra systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantaendelse og eksplosion af kompressoren pa grund af luft, der strgmmer
ind i kompressoren, som er i drift.

* Brug et separat gendannelsessystem, sa enhedens kompressor IKKE behgver at
veere i drift.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL

| forbindelse med tests ma man ALDRIG trykpdvirke udstyret med et tryk, der er
hgjere end det maksimalt tilladte tryk (angivet pa enhedens fabriksskilt).

ADVARSEL

Treef de ngdvendige forholdsregler i tilfaelde af kglemiddelleekage. Hvis der traenger
kglegas ud i rummet, skal rummet udluftes med det samme. Mulige risici:

= Hvis der treenger kglemiddel ud i et lukket rum, kan det medfgre mangel pa ilt.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis kglegassen kommer i kontakt med ild.

ADVARSEL

Kglemidlet skal ALTID genvindes. Det ma IKKE ledes direkte ud i miljget. Brug en
vakuumpumpe til at tgmme installationen.

ADVARSEL

Serg for, at der ikke er ilt i systemet. Kglemidlet ma fgrst pafyldes EFTER udfgrelse af
tethedsprgvning og vakuumtgrring.

Mulig konsekvens: : Selvantaendelse og eksplosion af kompressoren pa grund af |uft,
der strgmmer ind i kompressoren, som er i drift.

BEMARK

= For at undga, at kompressoren gdelaegges, ma der IKKE pafyldes mere end den
specificerede mangde kglemiddel.

= Nar kglesystemet skal abnes, SKAL kglemidlet behandles i henhold til geeldende
lovgivning.

BEMARK

Se¢rg for, at kglergrsinstallationen er i overensstemmelse med gaeldende lovgivning. |
Europa er EN378 den gaeldende standard.

BEMZRK
Sgrg for, at rgr og forbindelser IKKE udsaettes for belastning.

SRS/ Jil 2N 2N -

BEMARK

Nar alle rgr er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er nogen gaslaekager. Brug
nitrogen til at registrere gasudslip.

Hvis det er ngdvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne pa enhedens
kglemiddel-mzerkat. Her er der anfgrt typen af kglemiddel og den ngdvendige

maengde.

Enten er enheden pafyldt kelemiddel pad fabrikken, eller den er ikke pafyldt
kglemiddel. | begge tilfeelde kan det veere ngdvendigt at pafylde yderligere
kelemiddel afhaengigt af r@rstgrrelser og -laengder pa systemet.

Brug KUN veerktgj, der udelukkende er beregnet til den kglemiddeltype, der
anvendes i systemet, for at sikre trykmodstand og forhindre fremmede
materialer i at komme ind i systemet.

Pafyld kglemiddel pa fglgende made:

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

2.1.4 Elektrisk

Hvis Sa

Der findes et haevertrgr Pafyld med cylinderen oprejst.

(dvs. cylinderen er meerket med
"Flydende pafyldningshaevert pasat")

Der findes IKKE et haevertrgr Pafyld med cylinderen pa hovedet.

« Abne kglemiddelflasker langsomt.
= Pafyld kglemidlet i flydende form. Tilfgrsel i gasform kan forhindre normal drift.

FORSIGTIG
Efter afsluttet pafyldning af kglemiddel, eller ved pauser under pafyldningen, skal

ventilen til kglemiddeltanken lukkes med det samme. Hvis ventilen IKKE lukkes med
det samme, kan det resterende tryk pafylde vyderligere kglemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert mangde kglemiddel.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= Sla al strgmforsyning FRA, fgr du fjerner el-boksens daeksel, forbinder elektriske

ledninger eller rgrer ved elektriske dele.

= Afbryd strgmforsyningen i mere end 10 minutter, og mal spaendingen over
terminalerne pa hovedafbryderens kondensatorer eller elektriske komponenter
fgr servicering. Spaendingen SKAL vaere mindre end 50 V DC, fgr du kan rgre ved
elektriske komponenter. Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade hander.

* Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar servicedaekslet er fjernet.

ADVARSEL
Hvis en hovedafbryder eller metode til komplet afbrydelse af strgmmen med

kontaktadskillelse pa alle poler efter overspaendingskategori Il IKKE er installeret fra
fabrikken, SKAL en sadan installeres i ledningsnettet.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

A

ADVARSEL
= Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsinstallationen pa brugsstedet er i overensstemmelse med
kravene i nationale bestemmelser.

= Al ledningsfgring pa brugsstedet SKAL udfgres i overensstemmelse med
ledningsdiagrammet, der blev leveret med produktet.

Kabelbundter ma ALDRIG presses sammen, og du skal sgrge for, at de ikke
kommer i kontakt med rgr og skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne
er aflastede.

= Sgrg for at installere en jordledning. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr,
en overspaendingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstendig eller
ukorrekt jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

Sgrg for at bruge en serskilt strgmkreds. Brug ALDRIG en strgmforsyning, der
deles med et andet apparat.

= Sgrg for at installere de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstrgmsafbryder. Hvis dette undlades, kan det medfgre
elektrisk stgd eller brand.

Ved installation af fejlstrgmsafbryderen skal du sikre, at den er kompatibel med
inverteren (modstandsdygtig over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstrgmsafbryderen aktiveres ungdigt.

A

ADVARSEL

= Efter afslutning af el-arbejdet skal man kontrollere, at alle elektriske
komponenter og terminaler er tilsluttet korrekt inde i el-boksen.

= Kontrollér, at alle afskeermninger er lukkede, fgr du starter enheden.

A

FORSIGTIG

= Tilslutning af strgmforsyningen: Tilslut jordforbindelsen, fgr du tilslutter de
strgmfgrende forbindelser.

= Ved afbrydelse af strgmforsyningen: Afbryd de stremfgrende ledninger, fgr du
afbryder jordforbindelsen.

* Laengden pa lederne mellem strgmforsyningskablets binder og selve klemraekken
SKAL veere sadan, at de spaendingsfgrende ledere strammes fgr jordlederen, hvis
strgmforsyningskablet traekkes fri af kabelbinderen.

®

BEMARK

Forholdsregler ved fgring af strgmledninger:
VN VN
[ [ ) oo @
v X X

Tilslut IKKE ledninger med forskellige tykkelser til den strgmfgrende klemrzaekke
(sleek i strgmforsyningsledningerne kan danne unormalt hgj varme).

Ved tilslutning af ledninger, der har den samme tykkelse, skal du ggre som vist i
figuren ovenfor.

= Den angivne strgmledning skal anvendes til ledningsfgringen, den skal forbindes
solidt og derefter sikres, sa der ikke er mulighed for udefrakommende tryk pa
klemraekken.

® Brug en passende skruetraekker til at stramme skruerne i klemraekken. En
skruetraekker med lille hoved vil beskadige skruehovedet, sa skruen ikke kan
spaendes fast.

= Qverspaending af skruerne kan gdeleegge dem.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Installér strgmforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at
undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne kan en afstand pa 1 meter vaere
UTILSTRAKKELIG.

BEMZRK
Geelder KUN, hvis strgmforsyningen er trefaset, og kompressoren har en TIL/FRA-

startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt strgmsvigt, eller hvis
strommen kommer og gar, mens produktet er i drift, skal du montere en lokal
omvendt fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase, kan kompressoren
og andre dele blive gdelagt.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for
installatgren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installationssted (se "17.1 Klarggring af installationsstedet” [» 68])

ADVARSEL

Overhold malene for plads til service, der er angivet i denne vejledning, sa enheden
installeres korrekt. Se "28.1 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed" [» 154].

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).

FORSIGTIG

Der ma IKKE veere direkte adgang til udstyret. Det skal installeres pa et sikkert sted,
og der ma ikke umiddelbar adgang.

ADVARSEL
Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antendelseskilder (eksempelvis:

Denne enhed, bade indendgrs og indendgrs, er velegnet til brug i
handelsvirksomheder og i let industri.

Abning og lukning af enheden (se "17.2 Abning og lukning af enheden" [» 72])

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

> P

Montering af udendgrsenheden (se "17.3 Montering af
udendgrsenheden" [» 73])

ADVARSEL

Udendgrsenheden SKAL fastggres i henhold til anvisningerne i denne manual. Se
"17.3 Montering af udendgrsenheden" [» 73].

>

Tilslutning af kalergr (se "18.2 Tilslutning af kglergr" [» 82])

ADVARSEL

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen, kan det blaese det
sammenklemte rgr af.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medfgre tingsskade eller personskade,
som kan veere alvorlig alt efter omstaendighederne.

ADVARSEL

R

Fjern ALDRIG det sammenklemte rgr ved at lodde.

> P

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen, kan det blaese det
sammenklemte rgr af.
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

FORSIGTIG

Led IKKE gasser ud i atmosfaeren.

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som
tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rgg eller brand.

BEMARK

Montér ALDRIG en tgrreenhed pa denne enhed for at forleenge dens levetid.
Tgrrematerialet kan nedbryde og gdelaegge systemet.

@ B P

Pafyldning af kglemiddel (se "19 Pafyldning af kélemiddel" [» 98])

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt antendeligt, men laekage forekommer normalt
IKKE. Hvis kglemidlet leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
braender, et varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand eller dannelse
af skadelige gasser.

>

* SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt
den forhandler, hvor du kgbte enheden.

* Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig med at reparere den
del, hvor kglemidlet laekker.

ADVARSEL

Pafyldning af kglemiddel SKAL ske i henhold til anvisningerne i denne manual. Se
"19 Pafyldning af kglemiddel" [» 98].

ADVARSEL

® Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan medfgre eksplosion og brand.

> B

*= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi for globalt
opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser treenge ud i
atmosfaeren.

* Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved pafyldning af
kglemiddel.

El-installation (se "20 El-installation" [» 107])

ADVARSEL
= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL veere i

overensstemmelse med national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL vezere i
overensstemmelse med relevant lovgivning.

ADVARSEL

Elektriske ledninger SKAL fgres i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Se

"20 El-installation" [» 107].

ADVARSEL
Brug ALTID strgmforsyningskabler med flere ledere.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

ADVARSEL
* Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa denne, kan udstyret bryde

sammen.

= Byt IKKE om pa L- og N-fase ledninger, enheden beskadiges.

= Etablér korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr, en
overspandingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstaendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastggr de elektriske ledninger med kabelbindere, sa de IKKE kommer i kontakt
med rgrene eller skarpe kanter, iszer i hgjtrykssiden.

Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator, da denne enhed er udstyret
med en inverter. En fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfgre ulykker.

ADVARSEL

Hvis strgmforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten,
forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undga ulykker.

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

ADVARSEL

Forlaeng IKKE strgmforsyningskablet eller forbindelsesledningen ved at bruge stik,
klemmer, ledninger med udtag eller forleengerledninger.

> B> B

De kan forarsage overophedning, elektrisk stgd eller brand.

Ibrugtagning (se "23 Ibrugtagning" [» 139])

FORSIGTIG

Foretag IKKE testkgrsel, nar du udfgrer arbejde pa indendgrsenheden (-
enhederne).

Ved testkgrsel kgrer BADE udendgrsenheden og den tilsluttede indendgrsenhed. Det
er farligt at arbejde pa en indendgrsenhed i forbindelse med testkgrsel.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Fjern
ikke blaeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj hastighed, vil det medfgre
tilskadekomst.

> P

Fejlfinding (se "26 Fejlfinding" [» 147])

ADVARSEL

* Enhedens hovedafbryder skal ALTID veere slaet fra, nar der udfgres inspektion pa
enhedens el-boks. Sla den pageeldende afbryder fra.

>

= Stop enheden, nar en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor
sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, fgr den nulstilles. Parallelforbind
ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres veerdier til andet end
fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde arsagen til
problemet.
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

ADVARSEL
Undga ulykker som fglge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr ma

IKKE forsynes via en ekstern kontakt, sdésom en timer, eller forbindes med en kreds,
som regelmaessigt teendes og slukkes ved hjzlp af enheden.

3.1 Instruktioner vedrgrende udstyr, der anvender R32 kglemiddel

Kglemidlet i denne enhed er svagt antaendeligt.

i’f AL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

ADVARSEL
= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har vaeret i kontakt med

kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at ggre afrimningen
hurtigere en dem, der anbefales af producenten.

= Veer opmaerksom p3, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er
tilstreekkelig ventilation uden konstante anteendelseskilder (eksempelvis: aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tendt), og med en rumstgrrelse, som
specificeret nedenfor.

ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udfgres efter anvisningerne i
Daikin og overholde relevant lovgivning (f.eks. nationale bestemmelser vedr.
gasinstallation), og dette arbejde SKAL udfgres af autoriserede personer.

ADVARSEL

= Der skal traeffes forholdsregler, sé kglergrene ikke udseettes for kraftig vibration
eller pulsation.

> B P

= Beskyttelsesindretninger, rgr og forskruninger skal sa vidt muligt beskyttes mod
skadelige miljgpavirkninger.

= Sgrg for, at der er plads til udvidelse og indsnaevring af lange ror.

= Ror i kplesystemer skal dimensioneres og installeres, sa risikoen minimeres for, at
hydrauliske pavirkninger beskadiger systemet.

* Det indendgrs udstyr og rgrene skal monteres korrekt og afskeermes, sa
utilsigtede pavirkninger af udstyr eller rgr undgas, eksempelvis nar man flytter
mgbler eller foretager renoveringsarbejde.
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

ADVARSEL

Hvis et eller flere rum er forbundet med enheden via et kanalsystem, skal man
kontrollere:

= at der ikke findes konstante antaendelseskilder (eksempelvis: aben ild, gasdrevet
udstyr eller en elvarmer, der er taendt), hvis rummets areal er mindre end min.
gulvareal A (m?).

= at der ikke er installeret udstyr, som kan vaere en potentiel antaendelseskilde, i
kanalen (eksempelvis: varme overflader med en temperatur over 700°C og
elektriske afbrydere);

= at der kun anvendes udstyr godkendt af producenten i kanalen;

= |uftindtag OG aftraek skal veere forbundet direkte med det samme rum via
kanaler. Brug IKKE plads, eksempelvis bag et saenket loft, som en kanal til
|uftindtag eller aftraek.

ADVARSEL

Sikkerheds-spaerreventiler ma ikke nulstilles, fgr rummet er blevet ventileret.
Nulstilling kan medfgre, at der ledes yderligere antaendeligt kglemiddel ud i rummet.

FORSIGTIG

Brug IKKE potentielle antzendelseskilder ved sggning eller detektering af
kglemiddellekager.

A
A
®

BEMARK

= Man ma IKKE anvende samledele eller kobberpakninger, der har veeret brugt for.

= Samlinger i installationen mellem dele af kglesystemet skal veere tilgeengelige i
forbindelse med vedligeholdelse.

Se "16.3 Bestemmelse af graensen for pafyldning" [» 61] for at kontrollere, om dit
system lever op til kravene for begraenset pafyldning.
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4 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

4 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Fglg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

| dette afsnit

4.1 GBNEIEIT .ttt bttt h e h ettt 20
4.2 Instruktioner vedr@rende SIKKEr DELJENING .. ...iiiiieii e 21

4.1 Generelt
ADVARSEL
Kontakt installatgren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende drift af enheden.
ADVARSEL
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra 8 ar, med nedsat fysisk
formaen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med
manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de farer, der er
forbundet hermed.
Bgrn ma IKKE lege med udstyret.
Renggring og vedligeholdelse ma IKKE foretages af bgrn, der ikke er under opsyn.
ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stgd eller brand:
= Skyl IKKE enheden.
= Betjen IKKE enheden med vade haender.
= Placér IKKE genstande indeholdende vand pa enheden.
FORSIGTIG
= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.
= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller sta oven pa den.
= Enhederne er maerket med fglgende symbol:
|
Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma blandes sammen
med usorteret husholdningsaffald. Forsgg IKKE pd selv at afmontere systemet:
afmontering af systemet, behandling af kplemiddel, olie og eventuelle andre dele
SKAL foretages af en autoriseret installatgr og SKAL ske i henhold til relevante
bestemmelser.
Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med henblik pa
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hjeelper du med til at undgd potentielt negative pavirkninger af miljget og
menneskers sundhed. Kontakt din installatgr eller de lokale myndigheder, hvis du
gnsker yderligere oplysninger.
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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4 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

= Batterierne er maerket med fglgende symbol:

)4

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med usorteret
husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke under symbolet,
betyder dette kemiske maerke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis
koncentration.

Mulige kemiske maerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en genbrugsstation. Ved at
sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjelper du med til at undga
potentielt negative pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

4.2 Instruktioner vedrgrende sikker betjening

FORSIGTIG
= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er farlige at bergre, og det kan
medfgre fejl pa udstyret. Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller, mens svingklappen er i drift.
Der er fare for skader pa fingrene eller beskadigelse af enheden.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kgre, hvis der er sprgjtet insekticider ud i rummet. Hvis man ggr
det, kan kemikalierne traenge ind i enheden, og dette kan udggre en sundhedsrisiko
for personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

FORSIGTIG

Det kan veere sundhedsskadeligt at udsaette din krop for luftstrgmmen i for lang tid
ad gangen.

FORSIGTIG

For at undga iltunderskud skal du ventilere rummet tilstraekkeligt, hvis der anvendes
udstyr med braender sammen med systemet.

ADVARSEL

Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.

ADVARSEL

Fgr du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen er blevet udfgrt korrekt af
en montgr.

ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller, mens svingklappen er i drift.
Der er fare for skader pa fingrene eller beskadigelse af enheden.

> BB B> PP
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4 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Fjern
ikke bleeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj hastighed, vil det medfgre
tilskadekomst.

FORSIGTIG: Vaer opmaerksom pa blzaeseren!
Det er farligt at inspicere enheden, nar blaeseren kgrer.

Husk at SLUKKE for hovedafbryderen, fgr du foretager vedligeholdelse.

FORSIGTIG

Efter laengere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse pa enhedens
ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vaelte og forarsage tilskadekomst.

ADVARSEL

Man ma IKKE selv undersgge eller udfgre service pa enheden. Dette arbejde skal
udfgres af en kvalificeret servicetekniker.

ADVARSEL

Erstat ALDRIG en sikring med en sikring, der har et andet amperetal eller andre
ledninger, hvis en sikring springer. Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til
at bryde sammen eller medfgre brand.

ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forspg IKKE pa selv at adskille, fjerne, installere eller
reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medfgre elektrisk
stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

> BB BB P

= Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du passe pa med aben ild. Selve
kolemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et rum med antaendelige
|uftarter fra varmeblaesere, gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekraefte, at laekagen er repareret eller udbedret, fgr du
bruger anlaegget igen.

ADVARSEL
= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har veeret i kontakt med

kglemidlet.

* Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at ggre afrimningen
hurtigere en dem, der anbefales af producenten.

= Vaer opmeerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL
Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antendelseskilder (eksempelvis:

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er taendt).

i’f AL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er svagt antaendeligt.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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ADVARSEL
Stands driften og AFBRYD strgmforsyningen, hvis der forekommer

uregelmaessigheder (der lugter braendt osv.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse omstaendigheder, kan det medfgre
nedbrud, elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

FORSIGTIG
Udsaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte luftstrgm.

ADVARSEL

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering af kglemiddellaekage.

> B

For at kunne fungere korrekt SKAL enheden altid veere tilsluttet strgmforsyningen
efter installation, med undtagelse af korte serviceperioder.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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5 Om systemet

VRV 5-S anvender R32 kglemiddel, der specificeres som A2L og er svagt
antendeligt. Installatgren skal treeffe vyderligere forholdsregler for at sikre
overholdelse af krav til forbedret tethed pd kglesystemer samt af krav i
IEC60335-2-40. For yderligere information, se "3.1 Instruktioner vedrgrende
udstyr, der anvender R32 kglemiddel" [» 17].

Indendgrsenheden er en del af dette VRV 5-S varmepumpesystem, og den kan
anvendes til opvarmning/kgling. Den type indendgrsenheder, der kan anvendes,
afhaenger af serien af udendgrsenheder.

Generelt kan fglgende typer af indendgrsenheder tilsluttes et VRV

varmepumpesystem (listen er ikke udtgmmende, afhaenger af kombinationen af

udendgrsenheder og indendgrsenheder):

= VRV indendgrsenheder (luft-til-luft) med direkte ekspansion. Bemaerk: Brug med
flere lejere er ikke tilladt for indendgrsenheder forbundet med RXYSA4~6
enheder.

= EKVDX (luft-til-luft): VAM-J8 pakreevet.

= AHU (luft-til-luft): EKEXVA saet og EKEACBVE boks er pakraevet.

= Luftteeppe (luft-til-luft). Se yderligere information i kombinationstabellen i bogen
med tekniske data.

ADVARSEL
= Foretag IKKE aendringer og forspg IKKE pa selv at adskille, fjerne, installere eller

reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medfgre elektrisk
stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du passe pa med dben ild. Selve
kglemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et rum med antaendelige
|uftarter fra varmeblaesere, gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreaefte, at laekagen er repareret eller udbedret, fgr du
bruger anlaegget igen.

BEMARK
Brug IKKE systemet til andre formal end de tilteenkte. For at undga

kvalitetsforringelse ma man IKKE bruge enheden til kgling af praecisionsinstrumenter,
levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

BEMARK

Vedrgrende fremtidige aendringer eller udvidelser af dit system:

©

Et fuldt overblik over tilladte kombinationer (til fremtidige system-udvidelser) kan ses
i de tekniske data, og dette bgr man veere opmaerksom pa. Kontakt din montgr for at
fa mere information og professionel radgivning.

BEMZRK
Det er IKKE tilladt at kgle tekniske rum sasom serverrum og datacentre, hvor der

kraeves kgling aret rundt.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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5.1 Systemopbygning

INFORMATION

[ ]
l Fglgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system.

a .
L. b .. b .i.-D
KT FTERET BT ¥
Cf@- . e @
a Varmepumpe udendgrsenhed
b Kglergr
¢ VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
d Fjernbetjening i normal tilstand
e Fjernbetjening udelukkende i alarmtilstand
f Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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6 Brugerinterface

FORSIGTIG
= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er farlige at bergre, og det kan
medfgre fejl pa udstyret. Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets primaere
funktioner.

| indendgrsenhedens specifikke installations- og betjeningsvejledning kan man
finde detaljerede oplysninger om pakraevede handlinger for at kunne ggre brug af
visse funktioner.

Se betjeningsvejledningen til det installerede brugerinterface.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7 Drift
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7.1 Fgr betjening
ADVARSEL
Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.
ADVARSEL
Fgr du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen er blevet udfgrt korrekt af
en montgr.
ADVARSEL

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering af kglemiddellaekage.

For at kunne fungere korrekt SKAL enheden altid veere tilsluttet strgmforsyningen
efter installation, med undtagelse af korte serviceperioder.

FORSIGTIG
= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er farlige at bergre, og det kan
medfgre fejl pa udstyret. Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Fjern
ikke bleeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj hastighed, vil det medfgre
tilskadekomst.

© B B B PP

BEMARK

Man ma IKKE selv undersgge eller udfgre service pa enheden. F& en uddannet
servicetekniker til at ggre det.

Denne driftsvejledning geelder for fglgende systemer med standardstyring. Kontakt

din forhandler for at fa oplyst, hvilken fremgangsmade der passer til systemets

type og maerke, fgr du begynder at bruge anlaegget. Hvis anlaegget har et specielt

RXYSA4~6B7V/Y1B
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styresystem, skal man kontakte sin forhandler for vejledning om den betjening, der
passer til dette system.

Driftstilstande (afhaengigt af typen af indendgrsenhed):
= Opvarmning og kgling (luft til luft).
= Drift kun med ventilation (luft til luft).

Der findes dedikerede funktioner afhaengigt af typen af indendgrsenhed, se den
tilhgrende installations-/betjeningsvejledning for yderligere information.

7.2 Driftsomrade

Anvend systemet i de fglgende temperatur- og luftfugtighedsomrader for at opna
sikker og effektiv drift.

Kgling Opvarmning
Udetemperatur —5~46°C DB —-20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Indendgrs temperatur 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Indenders <80%"”
luftfugtighed

@ For at undgd kondens og vand, som drypper fra enheden. Hvis temperaturen eller
luftfugtigheden overstiger disse angivelser, vil sikkerhedsindretningerne muligvis blive
tilkoblet, og klimaanlaegget vil muligvis ikke fungere.

Fgrnaevnte driftsomrade er kun geeldende, hvis indendgrsenheder med direkte
ekspansion er tilsluttet VRV 5-S systemet.

Der geelder saerlige driftsomrader, hvis der anvendes AHU. Der findes oplysninger
om disse driftsomrader i den specifikke enheds installations-/betjeningsvejledning.
Du kan finde yderligere oplysninger i de tekniske data.

7.3 Betjening af systemet

7.3.1 Om betjening af systemet
= Betjeningsproceduren varierer i henhold til kombinationen af udendgrsenhed og
brugerinterface.
= Teend for hovedafbryderen 6 timer fgr drift for at beskytte enheden.

= Hvis der slukkes for hovedafbryderen under drift, starter anlaegget automatisk
igen, nar der atter teendes for den.

7.3.2 Om kgling, opvarmning, kun ventilation og automatik

= Der kan ikke laves et skift med et brugerinterface, hvor displayet viser
"centralt styret omskiftning" (se installations- og betjeningsvejledningen til
brugerinterfacet).

= Nar displayet "centralt styret omskiftning" blinker, se da "7.6.1 Om
indstilling af master brugerinterface" [» 32].

= Blaeseren kan kgre ca. 1 minut efter at opvarmningen er stoppet.

= Luftstrgmmen justerer sig selv afhaengigt af rumtemperaturen, eller blaeseren
stopper omgaende. Dette er ikke en fejl.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.3.3 Om opvarmning

Det kan tage leengere tid at na den indstillede temperatur for almindelig
opvarmning end ved kgledrift.

Felgende foretages for at undga, at varmekapaciteten falder, eller for at hindre, at
der blaeses kold luft ind.

Afrimning

Nar der kgres med varmedrift, vil udendgrsenhedens luftkglede spiral fryse stadigt
mere til over tid, og dette begraenser overfgrslen af energi til udendgrsenhedens
spiral. Varmekapaciteten falder, og systemet skal kgre med afrimning for at kunne
fierne  frost fra udendgrsenhedens spiral. Under afrimning falder
indendgrsenhedens varmekapacitet midlertidigt, indtil afrimning er afsluttet. Efter
endt afrimning kgrer enheden med fuld varmekapacitet igen.

Indendgrsenhedens ventilator standser, kglemidlets gennemstrgmningsretning
vendes, og energi inde fra bygningen anvendes til afrimning af udendgrsenhedens
spiral.

Indendgrsenheden vil vise afrimning pa displayet EI8H.
Varmstart

Ved start af opvarmning standser indendgrs-blaeseren automatisk for at undga, at
der blaeser kold Iuft fra indendgrsenheden. Brugerinterfacets display viser EIH.
Det kan vare et stykke tid, fgr blaeseren starter. Dette er ikke en fejl.

INFORMATION

[ ]

l = Varmekapaciteten falder, nar udendgrstemperaturen falder. Hvis det sker, skal
man bruge et andet varmeapparat sammen med enheden. (Luft ud i rummet hele
tiden, hvis du bruger enheden sammen med udstyr med aben ild). Placér ikke
udstyr, der frembringer aben ild, pa steder udsat for luftstremmen fra enheden
eller under enheden.

® Det tager et stykke tid at varme rummet op fra det tidspunkt, hvor enheden
startes, da enheden anvender et varmluft-cirkulationssystem til opvarmning af
hele rummet.

* Hvis den varme luft stiger op til loftet, s omradet ved gulvet bliver koldt,
anbefaler vi, at man anvender cirkulationsfunktionen (indendgrs ventilator til
|uftcirkulation). Kontakt forhandleren for detaljer.

7.3.4 Betjening af systemet (UDEN fjernbetjent kgle-/varmeomskifterkontakt)

1 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa brugerinterfacet flere gange, og
vaelg den gnskede driftstilstand.

#* Kogling
# Opvarmning
@ Kun ventilation

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.3.5 Betjening af systemet (MED fjernbetjent kgle-/varmeomskifterkontakt)

Overblik over omskifterkontakt styret med fjernbetjening

a a VALGERKONTAKT KUN BLAESER/KLIMAANLEG
Seet kontakten p& & for at starte
ORI © driftstilstanden "kun ventilation" eller pa ® for
(O at starte opvarmning eller kgling.
b b K@LE-/VARMEOMSKIFTERKONTAKT

Seet kontakten pa % for kgling eller pa :$: for
opvarmning

Bemaerk: Hvis der anvendes en fjernbetjent kgle-/varmeomskifterkontakt, skal
positionen pa DIP-omskifter 1 (DS1-1) pa det primaere printkort seettes i ON
position.

For at starte
1 Velg driftstilstand med kgle-/varmeomskifterkontakten pa fglgende made:

Kgling Opvarmning Kun ventilation

RIS
Zoy

>

[ ®

@
*

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

For at standse

3 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

BEMZRK
Sluk ikke for strgmmen, lige efter at enheden er stoppet, men vent mindst 5

minutter.

For at justere

Se brugerinterfacets betjeningsvejledning vedr. programmering af temperatur,
blaeserhastighed og luftstrgmsretning.

7.4 Brug af tgrreprogram

7.4.1 Om tgrreprogram

= Funktionen i dette program er at formindske luftens fugtighed i rummet med et
minimalt fald i temperaturen (minimal rumafkgling).
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= Mikrocomputeren beregner automatisk temperatur og blaeserhastighed (kan ikke
indstilles med fjernbetjeningen).

= Systemet starter ikke funktionen, hvis rumtemperaturen er lav (<20°C).

7.4.2 Anvendelse af tgrreprogram (UDEN fjernbetjent kgle-/varmeomskifterkontakt)

For at starte

1 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere gange, og veelg ()
(t@rreprogram).

2 Tryk pd ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

3 Tryk pa knappen til justering af luftstrgmmens retning (kun pa modeller med
dobbelt-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og veegmonterede modeller). Se
detaljer under "7.5 Justering af luftstremmens retning" [» 32].

For at standse

4 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

BEMZRK
Sluk ikke for strgmmen, lige efter at enheden er stoppet, men vent mindst 5

minutter.

7.4.3 Anvendelse af terreprogram (MED fjernbetjent kgle-/varmeomskifterkontakt)

For at starte

1 Velg kgling med den fjernbetjente kgle-/varmeomskifterkontakt.

2 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere gange, og veelg B
(t@rreprogram).

3 Tryk pd ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

4 Tryk pad knappen til justering af luftstrgmmens retning (kun pa modeller med
dobbelt-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og veegmonterede modeller). Se
detaljer under "7.5 Justering af luftstremmens retning" [» 32].

For at standse

5 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

BEMARK
Sluk ikke for strgmmen, lige efter at enheden er stoppet, men vent mindst 5

minutter.
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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7.5 Justering af luftstrgmmens retning

Se betjeningsvejledningen til brugerinterfacet.

7.5.1 Om luftstrgmsklappen

@Q@ j;'( Dobbelt flow + multi-flow enheder
/UI q Vaegmonterede enheder
WA

| de fglgende tilfeelde styrer en mikrocomputer luftstrgmmens retning, som kan
afvige fra displayet.
Keling Opvarmning

= Hvis temperaturen i rummet er under|= Ved driftsstart.
den gnskede temperatur. = Nar rumtemperaturen er hgjere end
den indstillede temperatur.

= Ved afrimning.

= Kontinuerlig drift ved horisontal luftstrgmsretning.

= Ved fortsat drift med luftretning nedad og kgling med en loftsophaengt eller
vaegmonteret enhed kan mikrocomputeren styre luftretningen, og i dette
tilfeelde vil visningen pa brugerinterfacet ogsa andres.

Luftstremmens retning kan justeres pa en af fglgende mader:
= Luftstremmens klap justerer selv sin position.
= Luftstremmens retning fastsaettes af brugeren.

o
= Automatisk \/ og gnsket position /.

ADVARSEL
Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller, mens svingklappen er i drift.

Der er fare for skader pa fingrene eller beskadigelse af enheden.

BEMZARK
® Det er muligt at zndre den bevaegelige graense for luftklappen. Kontakt

forhandleren for detaljer. (Kun ved double-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og
vaegmonteret).

* Undga vandret luftstrgm »=-2 Det kan medfgre dugdannelse pa loftet eller pa
klappen.

7.6 Indstilling af master brugerinterface

7.6.1 Om indstilling af master brugerinterface

° INFORMATION
l Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Varmepumpe udendgrsenhed

Kglergr

VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed

Fjernbetjening i normal tilstand

Fjernbetjening udelukkende i alarmtilstand

Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)

-0 Q0 T QO

Hvis systemet er installeret som vist pad billedet ovenfor, er det ngdvendigt at
definere et brugerinterface til at veere master brugerinterface.

Displayet pa slave-brugerinterfaces viser (centralt styret omskiftning), og
slave-brugerinterfaces fglger automatisk den driftstilstand, som er angivet med
master-brugerinterfacet.

Det er kun master-brugerinterfacet, der kan veelge varme- eller kgledrift (kgle/
varme masterenhed).

7.6.2 Sadan defineres master brugerinterfacet

1 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa det aktuelle master brugerinterface
i 4 sekunder. Hvis dette endnu ikke har veeret foretaget, kan man foretage
handlingen pa det fgrste brugerinterface, der betjenes.

Resultat: Displayet viser (centralt styret omskiftning), og alle slave-
brugerinterfaces, som er tilsluttet den samme udendgrsenhed, blinker.

2 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa den styreenhed, som du gnsker at
definere som master brugerinterface.

Resultat: Definitionen er fuldfgrt. Dette brugerinterface er nu defineret som
master, og displayet, som viser (centralt styret omskiftning), slukkes.
Displayet pa de andre brugerinterfaces viser (centralt styret omskiftning).

Se betjeningsvejledningen til brugerinterfacet.
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8 Energibesparelse og optimal drift

Bemeerk fglgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

= Juster luftudblaesningen korrekt, og undga at luften blaeser direkte pa personer i
lokalet.

Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undga overdreven opvarmning
eller kgling.
= Undga direkte sollys i lokalet, nar anleegget kgler, ved hjeelp af gardiner eller
persienner.

= Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kraever sezerlig opmaerksomhed omkring
ventilation.

= Hold dgre og vinduer lukket. Hvis dgre og vinduer er dbne, vil luft treenge ud af
lokalet, og det vil det forarsage en saenkning af kgle- eller varmeeffekten.

Pas pa IKKE at kgle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis
temperaturindstillingen holdes pa et moderat niveau, sparer det pa energien.

Placer ALDRIG ting neer enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forarsage en
forringelse af varme-/kgleeffekten eller stoppe driften.

= Sluk for enhedens hovedafbryder, hvis enheden ikke bruges i lzengere perioder.
Hvis kontakten er teendt, bruges der strem. Teend for hovedafbryderen 6 timer
fgr genstart af enheden for at sikre jeevn kgrsel. (Se kapitlet "Vedligeholdelse" i
manualen til indendgrsenheden.)

= Bed en kvalificeret servicetekniker om at rense filtrene, nar displayet viser &
(tid til at rense luftfilter). (Se kapitlet "Vedligeholdelse" i manualen til
indendgrsenheden.)

= Hold indendgrsenheden og brugerinterfacet mindst 1 m veaek fra tv- og

radioapparater, stereoanlaeg og andet lignende udstyr. Hvis ikke, kan der dannes
statiske eller forvraengede billeder.

Anbring IKKE objekter under indendgrsenheden, da de kan blive gdelagt af vand.

= Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis
drezenafgangen blokeres.

Dette varmepumpesystem er udstyret med avancerede energibesparende
funktioner. Der kan laegges vaegt pa energibesparelse eller komfort, alt efter hvad
man prioriterer. Der kan veelges mellem flere parametre, hvilket giver en optimal
balance mellem energiforbrug og komfort i forbindelse med den specifikke
anvendelse.

Flere driftsmgnstre er tilgeengelige og beskrives i store treek nedenfor. Kontakt din
montgr eller forhandler for at fa radgivning om zndring af parametrene, s de
passer til behovet i din bygning.

Der findes naermere oplysninger i installationsvejledningen beregnet pa montgren.
Montgren kan hjzelpe dig med at fa den bedste balance mellem energiforbrug og
komfort.
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8 | Energibesparelse og optimal drift

8.1 Primaere driftsmetoder

Basis

Kglemiddeltemperaturen er fast, uafthaengigt af omgivelserne.

Automatisk

Kglemiddeltemperaturen indstilles afhaengigt af udendgrs omgivende betingelser.
Justering af kglemiddeltemperaturen, sa den svarer til den pakraevede belastning
(der ogsd afhaenger af udendgrs omgivende betingelser).

Nar dit system eksempelvis kgrer i kgledrift, er der ikke behov for sd stor en
kpleeffekt, nar den udendgrs omgivende temperatur er lavere (f.eks. 25°C), som
nar den udendgrs omgivende temperatur er hgjere (f.eks. 35°C). Pa basis af dette
gger systemet automatisk kglemidlets temperatur, hvorved den leverede kapacitet
automatisk saenkes, og systemets effektivitet gges.

Meget folsom/gkonomisk (keling/opvarmning)

Kglemiddeltemperaturen indstilles hgjere/lavere (kgling/opvarmning)
sammenlignet med basisdrift. | driftstilstanden med hgj fglsomhed er der lagt vaegt
pa kundens komfort.

Den valgte metode for indendgrsenheder er vigtig, og man skal veere opmaerksom
pa dette, da den tilgaengelige kapacitet ikke er den samme som ved basisdrift.

Kontakt montgren for at fa mere information om drift med hgj fglsomhed.

8.2 Tilgengelige komfort-indstillinger

Der kan veelges et komfort-niveau for hver af de ovennavnte tilstande. Komfort-
niveauet afhanger af tidsindstillingen og af effekten (energiforbruget), der skal til
for at opna en vis rumtemperatur gennem en midlertidig eendring af
kglemiddeltemperaturen til en anden veerdi for hurtigere at opna den gnskede

tilstand.

- Hgj effekt

= Hurtig

= Svag

= Eco
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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9 | Vedligeholdelse og service

9 Vedligeholdelse og service

| dette afsnit
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9.1 Forholdsregler vedrgrende vedligeholdelse og service

FORSIGTIG
Se "4 Sikkerhedsanvisninger for brugeren" [» 20] og fglg alle relevante

sikkerhedsanvisninger.

BEMARK
Man ma IKKE selv undersgge eller udfgre service pa enheden. Fa en uddannet

servicetekniker til at ggre det.

BEMARK
Tor IKKE fiernbetjeningens betjeningspanel af med benzin, fortynder, en klud med

kemikalier eller lignende. Panelet kan blive misfarvet, eller belaegningen kan skalle af.
Hvis panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et neutralt rensemiddel
fortyndet med vand, vride kluden grundigt og aftgrre panelet. Panelet skal aftgrres
med en tgr klud.

9.2 Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i
atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kelemiddelleekage kan veere pakraevet afhaengigt af
geldende lovgivning. Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

i’f AL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

ADVARSEL
* Kglemidlet i enheden er svagt antaendeligt, men laekage forekommer normalt

IKKE. Hvis kglemidlet leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
braender, et varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand eller dannelse
af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt
den forhandler, hvor du kgbte enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig med at reparere den
del, hvor kglemidlet laekker.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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9 | Vedligeholdelse og service

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antaendelseskilder (eksempelvis:

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).

ADVARSEL

* Man ma IKKE gennembore eller braende dele, der har veeret i kontakt med
kglemidlet.

® Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at ggre afrimningen
hurtigere en dem, der anbefales af producenten.

= Veer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

BEMZRK
Geeldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser kraever, at mangden af pafyldt
kglemiddel pa enheden angives i bade vaegt og CO,-aekvivalent.

Formel til at beregne maengden i CO,-akvivalente ton: GWP-vzerdi af kglemidlet x
total kglemiddelpafyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

9.3 Service efter salg

9.3.1 Anbefalet vedligeholdelse og inspektion

Da der samles stgv efter at enheden har vaeret anvendt i flere ar, vil ydelsen falde i
nogen grad. Da det kraever teknisk indsigt at adskille og renggre indvendige dele pa
enheden, og for at sikre, at dine enheder vedligeholdes korrekt, anbefaler vi, at du
laver en aftale om vedligeholdelse og inspektion ud over normal vedligeholdelse.
Vores forhandlernet har adgang til et permanent lager med vigtige komponenter,
hvilket sikrer, at din enhed kan kgre sa laenge, som muligt. Kontakt din forhandler
for yderligere oplysninger.

Nar du spgrger forhandleren om hjzelp, skal du altid oplyse:

= Enhedens fulde modelnavn.

= Fabrikationsnummeret (vist pa enhedens navneplade).
= Installationsdatoen.

= Symptomer eller driftsfejl, detaljer om fejlen.

ADVARSEL
= Foretag IKKE andringer og forspg IKKE pa selv at adskille, fjerne, installere eller

reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medfgre elektrisk
stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du passe pa med aben ild. Selve
kolemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld traenger ind i et rum med antaendelige
|uftarter fra varmeblaesere, gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreaefte, at laekagen er repareret eller udbedret, fgr du
bruger anlaegget igen.

9.3.2 Anbefalede vedligeholdelses- og inspektionsintervaller

Vaer opmarksom pa, at de naevnte intervaller for vedligeholdelse og udskiftning
ikke relaterer til komponenternes garantiperiode.
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9 | Vedligeholdelse og service

Komponent Interval for in-| Serviceinterval (udskiftning
spektion og/eller reparation)

Elmotor 1ar 20.000 timer
Printkort 25.000 timer
Varmeveksler 5ar

Sensor (termistor osv.) 5ar

Brugerinterface og afbrydere 25.000 timer
Aflgbsbakke 8ar

Ekspansionsventil 20.000 timer
Magnetventil 20.000 timer

| tabellen laegges fglgende betingelser til grund for anvendelse:

= Normal drift uden at enheden startes og standses ofte. Alt efter model anbefaler
vi, at man ikke starter og standser maskinen mere end 6 gange i timen.

= Enhedens driftstid ansaettes til 10 timer pr. dag og 2.500 timer pr. ar.

BEMARK
= Tabellen viser hovedkomponenter. Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion

for yderligere detaljer.

= | tabellen vises anbefalede intervaller for vedligeholdelse. Det kan dog veere
ngdvendigt at foretage vedligeholdelse oftere for at maksimere enhedens levetid.
Anbefalede intervaller kan hjelpe til med at saenke omkostninger pa
vedligeholdelse og inspektion. Alt efter, hvad der star i aftalen om vedligeholdelse
og inspektion, kan inspektions- og serviceintervallerne rent faktisk veere kortere
end anfgrt.

9.3.3 Kortere vedligeholdelses- og inspektionsintervaller

Kortere intervaller for vedligeholdelse og udskiftning bgr overvejes i fglgende
tilfeelde:

Enheden anvendes pa steder, hvor:

= Varme og fugtighed varierer ud over det seedvanlige.

= Der er hgjt spaendingsudsving (spaending, frekvens, bglgeafvigelse osv.) (enheden
kan ikke anvendes, hvis spaendingsudsvinget ligger uden for det tilladte omrade).

= Der ofte forekommer st@d og vibrationer.

= Der findes st@v, salt, skadelige gasser og olietdge sasom svovlholdig gas og
svovlbrinte i luften.

= Maskinen startes og standses ofte, eller driftstiden er lang (steder med 24-timers
luftkonditionering).

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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9 | Vedligeholdelse og service

Anbefalede intervaller for udskiftning af sliddele

Komponent Interval for Serviceinterval (udskiftning
inspektion og/eller reparation)
Luftfilter 1ar 5ar
Hgjeffektivt filter 1ar
Sikring 10 &r
Krumtaphusopvarmer 8 ar
Dele under tryk Kontakt forhandleren i tilfeelde
af korrosion.

®

BEMARK

® Tabellen viser hovedkomponenter. Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion
for yderligere detaljer.

= | tabellen vises anbefalede intervaller for udskiftning. Det kan dog veere
ngdvendigt at foretage vedligeholdelse oftere for at maksimere enhedens levetid.
Anbefalede intervaller kan hjelpe til med at sanke omkostninger pa
vedligeholdelse og inspektion. Kontakt forhandleren for detaljer.

B

INFORMATION

Beskadigelse som fglge af adskillelse eller renggring af enhedens indvendige dele er
ikke ngdvendigvis omfattet af garantien, hvis ikke dette arbejde udfgres af
autoriserede forhandlere.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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10 Fejlfinding

Fglg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de fglgende funktionsfejl,

og kontakt forhandleren.

ADVARSEL
Stands driften og

Hvis man lader enheden

uregelmaessigheder (der lugter braendt osv.).

nedbrud, elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

AFBRYD strgmforsyningen, hvis der forekommer

kgre videre under disse omstaendigheder, kan det medfgre

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl

Afhjelpning

fungerer korrekt.

Hvis en sikkerhedsindretning, f.
en afbryder eller en fejlstrgmsafbryder aktivers
hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke

eks. en sikring, Sluk for hovedafbryderen.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. Afbryd strgmforsyningen.

og driftslampen blinker, og der
fejlkode.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, |Kontakt montgren og oplys

fremkommer en |fejlkoden.

Hvis systemet ikke kgrer korrekt, i alle andre tilfeelde end det, som er naevnt
ovenfor, og ingen af ovenstdende fejl er til stede, skal man gennemga systemet

efter fglgende fremgangsmade.

Funktionsfejl

Afhjzelpning

Systemet reagerer. Afbryd IKKE strgmforsyningen.
Kontakt montgren og oplys fejlkoden.

Se efter, om der er strgmfejl. Vent, indtil
stromforsyningen er genoprettet. Hvis der sker
stromsvigt under driften, starter systemet
automatisk igen, sa snart strgmforsyningen er
retableret.

Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller

om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller
nulstil afbryderen om ngdvendigt.

Hvis der opstar en .
kelemiddellaekage (fejlkode | .
RO/CR)
Hvis systemet slet ikke .
kerer.
Hvis systemet kgrer 'kun .

ventilation', men standser,
sa snart det begynder
opvarmning eller kgling.

Kontrollér, at Iluftindtaget eller -udtaget pa
udendgrs- eller indendgrsenheden ikke er
blokeret. Fjern enhver hindring og sgrg for fri
luftpassage.

Se efter, om displayet pa brugerinterfacet viser

pa startsiden. Se installations- og
betjeningsvejledningen, der folger med
indendgrsenheden.
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10 | Fejlfinding

Funktionsfejl

Afhjlpning

Systemet fungerer, men
kgling eller opvarmning er
utilstreekkelig.

Kontrollér, at Iuftindtaget eller -udtaget pa
udendgrs- eller indendgrsenheden ikke er
blokeret. Fjern enhver hindring og sgrg for fri
luftpassage.

Kontrollér, om |uftfilteret er tilstoppet (se
"Vedligeholdelse" i manualen til
indendgrsenheden).

Kontrollér temperaturindstillingen.

Kontrollér indstillingen af blaeserhastigheden pa
brugerinterfacet.

Se efter abne dgre og vinduer. Luk dgre og vinduer
for at undga traek.

Der ma ikke opholde sig for mange personer i
rummet under kegledrift.  Kontrollér, om
varmekilden i rummet afgiver usaedvanlig meget
varme.

Kontrollér, om der kommer direkte sollys ind i
rummet. Brug gardiner eller persienner.

Kontrollér, om luftstrgmsvinklen er korrekt.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan lgse problemet
selv, skal man kontakte installatgren og beskrive symptomerne, enhedens fulde
modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.
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10 | Fejlfinding
10.1 Fejlkoder: Overblik

Hvis der vises en fejlkode pa displayet pa indendgrsenhedens brugerinterface, skal
du kontakte installatgren og give besked om fejlkoden, enhedstypen og
serienummeret (du kan se dette pa enhedens fabriksskilt).

Der findes en liste med fejlkoder. Du kan nulstille koden ved at trykke pa ON/OFF
knappen, alt efter fejlkodens niveau. Hvis ikke, skal du spgrge installatgren.

Primzer kode Indhold
A0 Ekstern beskyttelsesindretning aktiveret
AO- 11 R32 sensoren i en af indendgrsenhederne har registrerer en

kglemiddellaekage®

RO/CH Fejl i sikkerhedssystemet (detektering af laekage)®

A EEPROM fejl (indendgrs)

A3 Fejl pa draensystem (indendgrs)

AE Fejl pa blaesermotor (indendgrs)

A7 Fejl pa motor pa svingklap (indendgrs)

A9 Fejl pa ekspansionsventil (indendgrs)

AF Draenfejl (indendgrsenhed)

AH Fejl pa stgvfilterkammer (indendgrs)

A Fejl i forbindelse med kapacitetsindstilling (indendgrs)

[ Transmissionsfejl mellem primaere og sekundaere printkort

(indendgrs)

oo Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indendgrs, vaeske)

£5 Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indendgrs, gas)

9 Fejl pa termomodstand luftindsugning (indendgrs)

R Fejl pa termomodstand luftafgang (indendgrs)

ce Fejl pa beveegelsesdetektor eller gulvtemperaturfgler (indendgrs)
cH-0 Fejl p& R32 sensoren i en af indendgrsenhederne®
CH-OZ R32 sensoren i en af indendgrsenhederne skal udskiftes®
CH-0S R32 sensor 6 maneder fgr endt levetid i en af

indendgrsenhederne®

CH- 10 Venter pa bekreeftelse af udskiftning af R32 sensor fra en af
indendgrsenhederne®
[l Fejl pa termomodstand brugerinterface (indendgrs)
E Fejl pa printkort (udendgrs)
E£3 Hgjtrykskontakt aktiveret
EH Lavtryk fejl (udendgrs)

1

Registrering af blokeret kompressor (udendgrs)

m

Fejl pa blaesermotor (udendgrs)

mm

£q Fejl pa elektronisk ekspansionsventil (udendgrs)
F3 Fejl afgangstemperatur (udendgrs)
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Primzer kode Indhold
Fy Unormal indsugningstemperatur (udendgrs)
F& Registrering af for meget pafyldt kglemiddel
H3 Fejl pa hgjtrykskontakt
H7 Fejl pa blaesermotor (udendgrs)
He Fejl pd temperaturfgler (udendgrs)
i Fejl pa trykfgler
e Fejl pa stremfgler
i3 Fejl pa fgler afgangstemperatur (udendgrs)
s Fejl pa fgler indsugningstemperatur (udendgrs)
= Fejl pa fgler afrimningsstemperatur (udendgrs)
27 Fejl pa foler veesketemperatur (efter sekundaer kgling HE)
(udendgrs)
9 Fejl pa fgler gastemperatur (efter sekundaer kgling HE)
(udendgrs)
A Fejl pa hejtryksfgler (SINPH)
i Fejl pa lavtryksfgler (SINPL)
L INV printkort unormalt
Ly Lamel unormal temperatur
LS Fejl pa printkort inverter
LA Kompressor overstrgm registreret
L9 Kompressor blokeret (opstart)
L PCB til spaerring, transmissionsproblem eller afbrydelse
= INV asymmetrisk strgmforsyning spaending
Py Fejl pa termomodstand lamel
P Fejl i forbindelse med kapacitetsindstilling (udendgrs)
Lo Unormalt fald lavtryk, defekt ekspansionsventil
ue INV for lav spaending
L3 Testkgrsel af system endnu ikke foretaget
L Fejl i ledningsfgring indendgrs/udendgrs
ug Unormalt brugerinterface - kommunikation indendgrsenhed
g Unormal kommunikation mellem primaert og sekundaert
brugerinterface
ug Forkert sammensaetning af system. Forkert type
indendgrsenheder kombineret. Fejl pa indendgrsenhed.
LA Fejl i forbindelse mellem indendgrsenheder eller forkert
sammensaetning af typer
LA-55 Systemlas
UAR-55 Back-up PCB fejl
uA-57 Ekstern blaeser input-fejl
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Primaer kode Indhold
e Duplikering af centraliseret adresse
LE Fejl i kommunikation mellem central styreenhed og
indendgrsenhed
s Auto-adresse fejl (uoverensstemmelse)
LIH Auto-adresse fejl (uoverensstemmelse)

@ Fejlkoden vises kun pa brugerinterfacet pa den indendgrsenhed, hvor fejlen forekommer.

10.2 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Folgende symptomer er IKKE systemfejl:

10.2.1 Symptom: Systemet kgrer ikke

= Klimaanlaegget starter ikke omgdende, nar man trykker pa ON/OFF-knappen pa
brugerinterfacet. Hvis driftslampen lyser, er systemet i normal tilstand. Huvis
klimaanlaegget lige er slukket forinden, starter det fgrst op igen 5 minutter efter,
at det blev teendt, for at undga overbelastning af kompressorens motor. Samme
opstartsforsinkelse opstar, nar knappen til valg af funktion har vaeret anvendt.

= Hvis "Under Centraliseret Control" (central styring) vises pd brugerinterfacet,
blinker displayet i nogle fa sekunder, nar man trykker pa betjeningsknappen. Det
blinkende display viser, at man ikke kan anvende brugerinterfacet.

= Systemet starter ikke med det samme, nar der taendes for stremmen. Vent et
minut, indtil mikroprocessoren er klar.

10.2.2 Symptom: Der kan ikke skiftes mellem kgling/opvarmning

= Hvis displayet viser (centralt styret omskiftning), angiver det, at dette er et
slave-brugerinterface.

= Hvis fjernbetjeningens kgle-/varmeomskifterkontakt er installeret, og displayet
viser BB (centralt styret omskiftning), skyldes dette, at kgle-/varmeomskifteren
styres af fjernbetjeningens kgle-/varmeomskifterkontakt. Spgrg din forhandler,
hvor fjernbetjeningskontakten er installeret.

10.2.3 Symptom: Ventilation er mulig, men kgling og opvarmning kgrer ikke

Lige efter at stremforsyningen er slaet til. Mikrocomputeren starter op, og den
foretager en kommunikationskontrol med indendgrsenheden(-enhederne). Vent
venligst maks. 12 minutter, indtil denne proces er afsluttet.

10.2.4 Symptom: Blaeserhastigheden svarer ikke til indstillingen

Blaeserens hastighed aendres ikke, selv om man trykker pa knappen til justering af
blaeserhastighed. Under opvarmning, nar rumtemperaturen nar op pa den
indstillede temperatur, standser udendgrsenheden, og indendgrsenheden andres
til lav blaeserhastighed. Dette forhindrer, at der blaeses kold Iuft direkte pa
personer i rummet. Blaeserhastigheden andres ikke, heller ikke hvis man trykker pa
knappen, nar en anden indendgrsenhed kgrer i varmedrift.

10.2.5 Symptom: Blaeserens retning passer ikke til indstillingen

Blaeserens retning passer ikke til visningen pa brugerinterfacet. Blaeserens retning
skifter ikke. Dette skyldes, at enheden styres af mikrocomputeren.
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10.2.6 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af en enhed (indendgrsenhed)

= Hvis luftfugtigheden er hgj under kgling. Hvis indendgrsenhedens indre dele er
meget forurenede, bliver temperaturen i rummet uens. Det er ngdvendigt at
rense enhedens indre dele. Spgrg forhandleren om detaljer vedrgrende rensning
af enheden. Arbejdet ma kun udfgres af en uddannet servicetekniker.

= Umiddelbart efter at kglingen er stoppet, og hvis rumtemperaturen og
luftfugtigheden er lav. Dette skyldes, at varm kglegas siver tilbage i
indendgrsenheden og danner damp.

10.2.7 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af en enhed (indendgrsenhed, udendgrsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under
afrimningen, bliver til damp og blaeses ud.

10.2.8 Symptom: Brugerinterfacet viser "U4" eller "U5" og standser, men starter igen efter fa
minutter

Dette skyldes, at brugerinterfacet forstyrres af stgj fra andet elektrisk udstyr end
klimaanlaegget. Stgjen hindrer kommunikation mellem enhederne og far dem til at
standse. Driften genstartes automatisk, nar stgjen forsvinder. Denne fejl kan
eventuelt rettes ved at sla stremforsyningen fra og til igen.

10.2.9 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget (indendgrsenhed)

= Der hgres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, at stremforsyningen er tilsluttet. Den
elektroniske ekspansionsventil i en indendgrsenhed aktiveres og frembringer
denne stgj. Styrken vil aftage i Igbet af et minut.

= Der hgres en konstant lav "shah"-lyd, nar systemet kgler eller ved stop. Denne
lyd hgres, nar dreenpumpen (tilbehgr) arbejder.

= Der hgres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, nar systemet stopper efter opvarmning.
Udvidelse og sammentraekning af plasticdele forarsaget af
temperaturforandringer frembringer denne lyd.

= Der hgres en lav "sah", "choro-choro"-lyd, nar indendgrsenheden er standset.
Denne lyd hgres, nar en anden indendgrsenhed kgrer. En lille mangde
kplevaeske bliver ved med at flyde for at undga, at olie eller kglevaeske forbliver i
systemet.

10.2.10 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget (indend@grsenhed, udendgrsenhed)

= Der hgres en konstant lav hvislende lyd, nar systemet kgler eller afrimer. Det er
lyden af kgleluft, der stremmer gennem indendgrs- og udendgrsenhederne.

= Der hgres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter standsning eller ved
afrimning. Dette er lyden af kglevaeske, som skyldes standsning af eller
endringer i gennemstrgmningen.

10.2.11 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget (udendgrsenhed)

Nar lyden af driftsstgjen aendres. Dette skyldes &endring af frekvens.

10.2.12 Symptom: Der traenger stgv ud af enheden

Nar enheden anvendes fgrste gang efter laengere tids standsning. Dette skyldes, at
der er stgv i enheden.
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10.2.13 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv., og sa afgive
denigen.

10.2.14 Symptom: Udendgrsenhedens blaser roterer ikke

Under driften styres blaeserhastigheden for at optimere driften.

10.2.15 Symptom: Kompressoren i udendgrsenheden standser ikke efter kort opvarmning

Dette er for at forhindre kglemiddel i at blive i kompressoren. Enheden standser
efter 5 til 10 minutter.

10.2.16 Symptom: Indersiden af udendgrsenheden er varm, selvom enheden er standset

Dette skyldes, at krumtaphusets varmelegeme varmer kompressoren op, sa den
kan starte jeevnt.

10.2.17 Symptom: Man kan fgle varm Iuft, nar indendgrsenheden standses

Flere forskellige indendgrsenheder kgrer pa samme system. Nar en anden enhed
kgrer, vil der stadig flyde kglemiddel gennem enheden.
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11 Flytning

Kontakt forhandleren for at fa flyttet og installeret den komplette enhed igen. Det
kraever teknisk indsigt at flytte enheder.
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12 Bortskaffelse

Der anvendes hydrofluorcarbon i denne enhed. Kontakt forhandleren, nar enheden
skal bortskaffes. Det er et lovkrav, at man skal indsamle, transportere og bortskaffe
kplemidlet i overensstemmelse med forskrifter vedrgrende indsamling og
destruktion af hydrofluorcarbon.

BEMZRK
Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af

kglemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med henblik pa genbrug og
genvinding.
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13 Tekniske data

13.1 Eco Design krav

Fglg trinene nedenfor og se energimaerkaten — Lot 21 data for enheden og
udendgrs/indendgrs kombinationer.

1 Gatil fglgende webside: https://energylabel.daikin.eu/
2  For at fortseette, veelg:

= "Continue to Europe" for at ga til det internationale websted.
= "Other country" for et landespecifikt websted.

Resultat: Du ledes til "Seasonal efficiency" websiden.

3 Under "Eco Design — Ener LOT 21", skal du klikke pa "Generate your data".
Resultat: Du ledes til "Seasonal efficiency (LOT 21)" websiden.

4 Fglginstruktionerne pa websiden for at vaelge den korrekte enhed.

Resultat: Efter endt valg kan LOT 21 databladet blive vist som en PDF eller en
HTML webside.

° INFORMATION
l Andre dokumenter (f.eks. manualer...) kan ogsa ses pa den viste webside.
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14 Om kassen

Vaer opmaerksom pa fglgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, nar den
leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om
eventuelle skader eller manglende dele.

= Anbring den emballerede enhed sa teet som muligt pa det endelige
placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige
placeringssted.

= Ved handtering af enheden, skal der tages hensyn til fglgende:

El Skrgbelig.

Enheden skal forblive opretstaende, for at kompressoren ikke skal
blive beskadiget.

14.1 Udendgrsenhed

14.1.1 Sadan pakkes udendgrsenheden ud

14.1.2 Sadan handteres udendgrsenheden

FORSIGTIG
For at undgd personskade ma du IKKE rgre ved luftindtaget eller enhedens

aluminiumsfinner.

Gaffeltruck. Man kan ogsa bruge en gaffeltruck, sa leenge enheden forbliver pa
pallen.
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Baer enheden langsomt som vist:

14.1.3 Fjernelse af tilbehgr fra udendgrsenheden

1 Fjern servicedaekslet. Se "17.2.2 Sadan abnes udendgrsenheden" [» 72].
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a Generelle sikkerhedsforanstaltninger

b Installationsvejledning til udendgrsenhed

¢ Sikkerhedsmaerkat

d Maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning af fluor

e Meerkat for ekstra pafyldning af kglemiddel

f Overensstemmelseserklzering

g Vaeskergr — bgjet

h Vaeskergr — kort

i Vaskergr — langt

i Gasrgr — bgjet

k Gasrgr
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15 Om enheden og tilbehgr

| dette afsnit

L5.1  TAENEITKATION .ttt 53
15.1.1  Identifikationsmaerkat: Udend@rsenhed ..o 53

152 OM UAENABISENNEAEN ...ttt ettt 53
153 SYSTOMOPIDYENING .ottt ettt ettt a ettt ettt ettt s et a bt s et s et n ettt ne s 54
15.4  Kombination af enheder 08 tIIDENGI........cciiiiiii e 54

15.4.1  Om kombination af enheder 0g MUIENEAET ...........ciiiiiii e 55
15.4.2  Mulige kombinationer af INdeNd@rsennEaer ........ccoiiiioiiiicc s 55
15.4.3  Muligt tilbehgr til udend@rsenheden ..........cociiiiii e 55

15.1 ldentifikation

15.1.1 Identifikationsmaerkat: Udendgrsenhed

Placering
a
"]
Modelidentifikation
Eksempel: RXYSA6B7Y1B
Kode Forklaring

R Udendgrs luftkglet

X Varmepumpe (ikke-kontinuerlig opvarmning)
Y Enkelt modul

S S serie

A Kglemiddel R32

4~6 Kapacitetsklasse

B7 Modelraekke

V1 Strgmforsyning: 1~, 220~240 V, 50 Hz
Y1 Strgmforsyning: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Europa

15.2 Om udendgrsenheden

Denne installationsvejledning omhandler VRV 5-S varmepumpesystemet, der er
fuldt ud inverter-drevet.

Disse enheder er beregnet til udendgrsinstallation og bruges sammen med en luft-
til-luft varmepumpe.

Denne enhed kan anvendes som erstatning for VRV IV-S udendgrsenheder. Se
specifik information om udskiftning, hvis relevant.
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Specifikation RXYSA4~6
Kapacitet Opvarmning 14,2~18,0 kW
Kgling 12,1~15,5 kW
Omgivende udendgrs Opvarmning —-20~21°C DB
konstruktionstemperatur —20~15,5°C WB
Kgling -5~46°C DB

15.3 Systemopbygning

yderligere information, se "3.1 Instruktioner vedrgrende udstyr, der anvender R32
kglemiddel" [» 17].

BEMARK

Det er IKKE tilladt at kgle tekniske rum sasom serverrum og datacentre, hvor der
kraeves kgling aret rundt.

ADVARSEL
Installationen SKAL overholde de krav, der geelder for dette R32 udstyr. For

° INFORMATION

l Felgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system.

° INFORMATION

l Ikke alle kombinationer af indendgrsenheder er tilladte, fa naermere vejledning
under "15.4.2 Mulige kombinationer af indendgrsenheder" [» 55].

Varmepumpe udendgrsenhed

Kglergr

VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed

Fjernbetjening i normal tilstand

Fiernbetjening udelukkende i alarmtilstand

Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)

-0 QO n T O

15.4 Kombination af enheder og tilbehgr

° INFORMATION
l Noget af tilbehgret fas eventuelt IKKE i dit land.
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15.4.1 Om kombination af enheder og muligheder

BEMARK

Se de seneste tekniske data vedrgrende VRV 5-S varmepumpen, sa du er sikker p3, at
indstillingen af dit system (udendgrsenhed+indendgrsenhed(-er)) kommer til at
fungere korrekt.

Dette varmepumpesystem kan kombineres med forskellige typer af
indendgrsenheder, og der skal anvendes R32.

| produktkataloget kan du fa et overblik over tilgeengelige enheder.

Her findes der et overblik over de tilladte kombinationer af indendgrsenheder og
udendgrsenheder. Ikke alle kombinationer er tilladt. De er underlagt bestemmelser
(kombinationer af udendgrsenheder, indendgrsenheder og fjernbetjeninger osv.),
som findes i de tekniske data.

15.4.2 Mulige kombinationer af indendgrsenheder

Generelt kan fglgende typer af indendgrsenheder tilsluttes et VRV 5-S

varmepumpesystem. Listen er ikke udtgmmende, og det afhaenger bdde af

udendgrsenhedens og indendgrsenhedens modelkombination.

= VRV indendgrsenheder (luft-til-luft) med direkte ekspansion. Bemaerk: Brug med
flere lejere er ikke tilladt for indendgrsenheder forbundet med RXYSA4~6
enheder.

= EKVDX (luft-til-luft): VAM-J8 pakraevet.

= AHU (luft-til-luft): EKEXVA saet og EKEACBVE boks er pakraevet.

= Luftteeppe (luft-til-luft). Se yderligere information i kombinationstabellen i bogen
med tekniske data.

15.4.3 Muligt tilbehgr til udendgrsenheden

° INFORMATION
l Se de seneste funktioner i de tekniske data.

Bundpladevarmer (EKBPH250D7)

= Forhindrer, at bundpladevarmeren fryser til.

= Anbefales i omrader med lav omgivende temperatur og hgj luftfugtighed.

= Se installationsvejledningen til bundpladevarmeren vedrgrende anvisninger om
montering.

Kole-/varmevaelger (KRC19-26A)
Til styring af kgling eller opvarmning fra et centralt sted.
Der fas et seet til veegmontering (KIB111A) til installation af kontakten pa en vaeg.

Vedrgrende tilslutning af veelgerkontakten for  keling/opvarmning til
udendgrsenheden, se "20.4 Tilslutning af veelgerkontakten for kegling/
opvarmning" [» 117].

Ekstern styreadapter (DTA104A61/62)

Den eksterne styreadapter kan anvendes til definition af specifik drift med et
eksternt input fra en central styreenhed. Der kan veelges stgjsvag drift samt drift
med begranset strgmforbrug (gruppe eller individuel).

RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 Seerlige krav til R32 enheder

| dette afsnit
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16.1 Pladskrav vedr. installation

ADVARSEL
Hvis udstyret indeholder R32 kglemiddel, sa skal gulvarealet i det rum, hvor udstyret

opbevares, vere mindst 98,3 m?.

BEMZRK
= Rgr skal veere monteret korrekt og beskyttet mod beskadigelse.

= Rgrleengden skal holdes pa et minimum.

16.2 Krav til systemopbygning

VRV 5-S anvender R32 kglemiddel, der specificeres som A2L og er svagt
antendeligt.

For at leve op til kravene om forbedret taethed pa kglesystemer i IEC 60335-2-40 er
dette system udstyret med speaerreventiler i udendgrsenheden og en alarm i
fiernbetjeningen. Nar kravene i denne vejledning fglges, er der ikke behov for
yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Et stort antal kombinationer af pafyldning og rumareal er tilladt takket veere de
ekstra sikkerhedsindretninger, der er indbygget i enheden som standard.

Folg installationskravene nedenfor for at sikre, at hele systemet lever op til
geeldende lovkrav.

Installation af udendgrsenhed

Udendgrsenheden skal veaere installeret udendgrs. Hvis udendgrsenheden
installeres indendgrs, er yderligere tiltag ngdvendige for at leve op til geeldende
lovkrav.

Der findes en terminal til eksternt output i udendgrsenheden. Dette SVS output
kan anvendes, hvis yderligere forholdsregler er pakraevet. SVS output er en kontakt
pa terminal X2M, som lukker, hvis der detekteres en laekage, fejl eller afbrydelse pa
R32 sensoren (placeret i indendgrsenheden).

For vyderligere information om SVS output, se "20.3 Tilslutning af eksterne
outputs" [» 116].

Installation af indenddrsenheden

BEMZERK
Hvis et eller flere rum er forbundet med enheden via et kanalsystem, skal man

kontrollere, at luftindtag OG aftraek er forbundet direkte med det samme rum via
kanaler. Brug IKKE plads, eksempelvis bag et senket loft, som en kanal til luftindtag
eller aftraek.
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Vedrgrende installation af indendgrsenheden henvises der til installations- og
betjeningsvejledningen, der fglger med indendgrsenheden. Se den seneste version
af bogen med tekniske data for denne enhed vedrgrende indendgrsenhedernes
kompatibilitet.

Den samlede mangde kglemiddel i systemet skal vaere mindre end eller lig med
den maksimalt tilladte maengde kglemiddel. Den samlede maksimalt tilladte
maengde kglemiddel afhaenger af arealet i de rum, hvor systemet anvendes, samt
rummene pa nederste plan.

Se "16.3 Bestemmelse af graensen for pafyldning" [» 61] for at kontrollere, om dit
system lever op til kravene for begraenset pafyldning.

Som ekstraudstyr kan der tilfgjes et ekstra output-printkort til indendgrsenheden
som et output til eksterne enheder. Output-printkortet aktiveres, hvis der
detekteres en laekage, hvis der er fejl pa R32 sensoren, eller hvis sensoren
afbrydes. Se det praecise modelnavn i listen med tilbehgr til indendgrsenheden. Fa
yderligere oplysninger om dette ekstraudstyr i installationsvejledningen til det
ekstra output-printkort.

Krav til rgr

Rer skal installeres i henhold til anvisningerne i "18 Installation af rgr" [» 77]. Der

skal anvendes mekaniske samlinger (f.eks. loddede
forbindelser+kraveforbindelser), som lever op til kravene i seneste version af
1SO14903.

| forbindelse med rgr installeret i rum med personer skal man sikre sig, at rgrene er
beskyttet mod utilsigtet beskadigelse. Rgr skal kontrolleres efter fremgangsmaden
beskrevet under "18.4 Kontrol af kglergrene" [» 94].

Krav til fjernbetjening

(]

Varmepumpe udendgrsenhed

Kglergr

VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed

Fjernbetjening i normal tilstand

Fjernbetjening udelukkende i alarmtilstand

Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)
Central styreenhed (ekstraudstyr)

Ekstra printkort (ekstraudstyr)

S| -~ Q0 T O

Vedrgrende installation af fjernbetjeningen henvises der til installations- og
betjeningsvejledningen, der fglger med fjernbetjeningen. Hver indendgrsenhed
skal forbindes med en fjernbetjening, der er kompatibel med R32
sikkerhedssystemet (f.eks. BRC1H52/82* eller nyere type). Disse fjernbetjeninger
har sikkerhedsforanstaltninger, som advarer brugeren visuelt og akustisk i tilfelde
af lekage.

Kravene skal fglges ved installation af fjernbetjeningen.

1 Der ma kun anvendes fjernbetjeninger, som er kompatible med et
sikkerhedssystem. Se databladet med tekniske data vedr. fjernbetjeningens
kompatibilitet (f.eks. BRC1IH52/82%*).
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2 Hver indendgrsenhed skal forbindes med en separat fjernbetjening. Huvis
indendgrsenheder kgrer med gruppestyring, er det muligt kun at anvende en
fiernbetjening pr. rum.

3 En fjernbetjening, der er i rummet, hvor indendgrsenheden behandler luften,
skal veere i 'fuld funktionstilstand' eller kun i ‘alarmtilstand'. Hvis
indendgrsenheden behandler luften i et andet rum end det, hvor den er
installeret, skal der anvendes en fjernbetjening bade i det rum, hvor
indendgrsenheden er installeret, og i det rum, hvor den behandler luften
(visse undtagelser er mulige, se eksempler nedenfor). Vedrgrende detaljer om
de forskellige fijernbetjeningstilstande og om indstilling henvises der til teksten
nedenfor eller til installations- og betjeningsvejledningen, der fglger med
fiernbetjeningen.

4 | bygninger, hvor der er sovefaciliteter (f.eks. pa hoteller), hvor personer kun
kan bevaege sig rundt i begraenset omfang (f.eks. pa hospitaler), hvor er findes
et ukontrolleret antal personer, eller i bygninger, hvor personer ikke kender
sikkerhedsforanstaltningerne, skal der installeres en af fglgende enheder pa et
sted, der overvages dggnet rundt:

= en overvagnings-fiernbetjening
= eller en central styreenhed. F.eks.,, iTM med ekstern alarm via WAGO
modulet, iTM med indbygget alarm, ...

Bemeerk: Fjernbetjeninger med indbygget alarm danner en visuel og akustisk
advarsel. F.eks. kan BRC1H52/82* fjernbetjeninger danne en alarm pa 65 dB
(lydtryk, malt i en afstand af 1 m fra alarmen). Se lyddata i databladet med tekniske
data vedr. fjernbetjeningen. Alarmen bgr altid vere 15 dB hgjere end
baggrundsstgjen i rummet.

En ekstern alarm (medfglger ikke) med en lydeffekt 15 dB hgjere end
baggrundsstgjen i rummet SKAL veaere installeret i fglgende tilfaelde:

= Fjernbetjeningens lydeffekt er ikke tilstraekkelig til at garantere en forskel pa
15 dB. Denne alarm kan tilsluttes SVS output-kanalen pa udendgrsenheden eller
til det ekstra output-printkort pa indendgrsenheden i det specifikke rum. Den
udendgrs SVS aktiveres ved enhver R32-leekage detekteret i hele systemet. Pa
indendgrsenheder aktiveres det ekstra output kun, nar dens egen R32 sensor
detekterer en laekage. For yderligere information om SVS output-signalet, se
"20.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden" [» 112]. Fa
yderligere information om det ekstra output-printkort pad indendgrsenheden i
installations- og betjeningsvejledningen til indendgrsenheden.

= En central styreenhed uden indbygget alarm anvendes, eller lydeffekten pa den
centrale styreenhed er ikke tilstraekkelig til at garantere en forskel pa 15 dB. Se
den korrekte fremgangsmade ved installation af den eksterne alarm i
installationsvejledningen til den centrale styreenhed.

Bemaerk: Afhaengigt af konfigurationen kan fjernbetjeningen betjenes i en af tre
mulige tilstande. Hver tilstand har forskellige betjeningsfunktioner. Se
referencevejledningen vedrgrende montering og brug, der fglger med
fiernbetjeningen, med detaljeret information om indstilling af driftstilstanden pa
fiernbetjeningen samt dens funktioner.

Tilstand Funktion

Fuldt funktionsdygtig Alle fjernbetjeningens funktioner kan anvendes. Alle
normale funktioner er tilgeengelige. Denne
fjernbetjening kan vaere en master eller slave
fijernbetjening.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

Tilstand

Funktion

Kun alarm

Fiernbetjeningen anvendes kun til alarmering, nar der
registreres laekage (til en enkelt indendgrsenhed).
Ingen funktioner tilgeengelige. Fjernbetjeningen bgr
altid vaere i samme rum som indendgrsenheden.
Denne fjernbetjening kan vare en master eller slave
fjernbetjening.

Overvagning

Fjernbetjeningen anvendes kun til alarmering, nar der
registreres laekage (for hele systemet, dvs. flere
indendgrsenheder og deres respektive
fiernbetjeninger). Ingen andre funktioner er
tilgaengelige. Fjernbetjeningen bgr placeres pa et
overvaget sted. Denne fjernbetjening kan kun veere
en slave fjernbetjening.

Bemaerk: For at kunne tilfgje en overvagnings-
fiernbetjening til systemet skal der foretages en
brugsstedsindstilling bade pa fjernbetjeningen og pa
udendgrsenheden.

Bemeerk: Forkert brug af fjernbetjeninger kan medfgre, at der dannes fejlkoder, at
systemet ikke fungerer, eller at systemet ikke lever op til geeldende lovkrav.

Bemaerk: Nogle centrale styreenheder kan ogsa anvendes som overvagnings-
fiernbetjening. Se installationsvejledningen til de centrale styreenheder med
yderligere detaljer om installationen.

Eksempler
IKKE OK OK Tilfelde
1 Fiernbetjeningen er ikke kompatibel
| med R32 sikkerhedssystemet
a Nl a b
X ¢ v | (v
2 Indendgrsenheder med fjernbetjening
[ [ | [ [ | er ikke tilladt
a b[ ] bll | b[ 1] a bll | bll | bll |
X Se v ‘@d| igd igd
3 Hvis der findes en fjernbetjening, som
! | er kompatibel med R32
a b a 'EL,_L sikkerhedssystemet, bgr den vaere
_ i master-fiernbetjeningen og i samme
x @d s/ @d rum som indendgrsenheden.
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

IKKE OK OK Tilfeelde
4 Hvis en kanalforbundet
B C]ﬂ b[j | indendgrsenhed behandler lufteni et
a —— andet rum end det, hvor den er
a b = U ] v installeret, SKAL bade tilgangs- og
vt J A @d g afgangsluften ledes direkte gennem
x B @d pg kanaler til dette rum.
B d@ Reglerne for rumareal og
fiernbetjening skal kun fglges i et rum,
. b 5 b 3 nar luften i dette rum udelukkende
j% byt dj I behandles af en kanalforbundet
- indendgrsenhed, der er installeret i et
X B 8d g ~/ B @ s andet rum.
b | alle andre tilfeelde skal reglerne for
m rumareal og fjernbetjening fglges
a - =) bade i det rum, hvor den
L@d vhon kanalforbundne enhed er installeret,
J B @d p og i det/de rum, hvor luften
behandles af denne enhed.
A: Ingen restriktioner for rumareal. En
fiernbetjening ikke pakraevet.
B: Restriktioner for rumareal,
installation af fjernbetjening
pakraevet.
5 Hvis der findes to fjernbetjeninger,
| som er kompatible med R32
a b[ 1 a ‘li sikkerhedssystemet, bgr mindst den
-r@d &d ene veere i samme rum som
X ad \/ @d indendgrsenheden.
6 Gruppestyring er tilladt for op til
| | | | | maks. 10 indendgrsenheder tilsluttet
a b[ [ b[ ] a b[ [ b[ [ b[ | forskellige &bninger eller tilsluttet den
samme abning. Der bgr veere mindst
x @d J ad en fjernbetjening, som er kompatibel
med R32 sikkerhedssystemet, i rum
med indendgrsenheder.
7 ) | visse situationer skal der installeres
i = en fjernbetjening pa et overvaget
a b | |b[ f sted.
@d| ‘@d |_2 | rum: Master-fjernbetjening i fuld
Qe L funktionstilstand ELLER kun i
alarmtilstand.
| et overvaget rum: Overvagnings-
fiernbetjening.
a Udendgrsenhed
b Indendgrsenhed
¢ Fjernbetjening IKKE kompatibel med R32 sikkerhedssystem
d Fjernbetjening kompatibel med R32 sikkerhedssystem
e Fjernbetjening i overvagningstilstand
f Overvaget rum
g Kanaler (tilgangs- og afgangsluft)
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

16.3 Bestemmelse af greensen for pafyldning

Trin 1 — For at fa graensen for samlet mangde pafyldt kglemiddel i systemet skal
man bestemme arealet:

= for de rum, hvor der er installeret en indendgrsenhed.

= OG for de rum, hvor luften behandles af en kanalforbundet indendgrsenhed
installeret i et andet rum.

Rumarealet kan bestemmes ved at madle vaegge, dgre og skillevaeegge samt gulvet
og beregne det lukkede omrade. Arealet i det mindste rum, hvor systemet
anvendes, bruges i naeste trin for at bestemme den maksimalt tilladte samlede
mangde pafyldte kglemiddel i systemet.

Rum, der kun er forbundet over sznkede lofter, via kanaler eller lignende
forbindelser skal ikke regnes som enkelte rum.

Hvis skilleveeggen mellem to rum pa samme etage lever op til visse krav, regnes

disse rum for at vaere et enkelt rum, og rummenes arealer kan laegges sammen. P3

denne made kan man forgge A, veerdien, der anvendes ved beregning af maks.

tilladt pafyldning.

Et af fglgende to krav skal veere opfyldt for at kunne laegge rumarealer sammen:

= Rum pa samme etage, der er forbundet med en permanent abning, som gar helt
ned til gulvet, og som personer kan ga igennem, kan regnes for at veere et enkelt
rum.

= Rum pa samme etage, der er forbundet med abninger, som lever op til kravene
nedenfor, kan regnes for at vaere et enkelt rum. Abningen skal besta af to dele, sa
luften kan cirkulere.

220mm
£
£
o
3
< g A
E E nvmin T SEO%A 220 mm
8 ovin
™ O
Q| <100 mm
Amin Min. omrade med naturlig ventilation

Den nederste abning:

= Det er ikke en abning ud mod det fri
= Abningen kan ikke lukkes

= Abningen skal veere 20,012 m? (A ....)

= Arealet pa enhver abning over 300 mm fra gulvet regnes ikke med ved
bestemmelse af A,

= Mindst 50% af A,.., er mindre end 200 mm over gulvet
= Bunden af den nederste dbning er <100 mm fra gulvet
= Abningens hgjde er >20 mm

Den gverste abning:

= Det er ikke en abning ud mod det fri

= Abningen kan ikke lukkes

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

= Abningen skal vaere 0,006 m? (50% af A
= Bunden af den gverste abning skal veere 21500 mm over gulvet

n\/min)

= Abningens hgjde er 220 mm
Bemaerk: Kravene til den gverste dbning kan opfyldes i forbindelse med sankede

lofter, ventilationskanaler eller lignende, der giver en luftstrgm mellem de
forbundne rum.

Trin 2 — Brug grafen eller tabellen nedenfor for at bestemme greensen for den
samlede mangde kglemiddel pafyldt systemet for hver indendgrsenhed OG for
hvert rum, hvor luften behandles af en kanalforbundet indendgrsenhed.

Bestem vaerdien bade for nederste underjordiske plan OG for de andre etager.

Graensen for samlet mangde pafyldt kglemiddel afhanger af den faktiske

installationshgjde, malt mellem:

= Undersiden af indendgrsenheden og gulvets laveste punkt, hvis
indendgrsenheden er installeret i samme rum.

= Bunden af kanaldabningen og gulvets laveste punkt i rum, hvor luften behandles af
en kanalforbundet indendgrsenhed installeret i et andet rum.

Bemaerk: Hvis hgjden pa din installation ikke er vist, skal du anvende den lavere
hgjdeveerdi i tabellen, der er taettest pd. For en installationshgjde pa 2,7 m skal du
anvende veerdien svarende til hgjden 2,5 m i tabellen.

Se en mere detaljeret tabel i bogen med tekniske data.

BEMZRK
Indendgrsenheder og bunden af kanalabninger ma ikke installeres lavere end 1,8 m

fra gulvets laveste punkt, dog med undtagelse af indendgrsenheder monteret
staende pa gulv (f.eks. FXNA)

Bemaerk: Den beregnede veerdi for pafyldt mangde skal rundes ned.

Jogd .1 O00d
Jogd .1 O00od

ALLE ANDRE ETAGER

Veelg kurven 'a', der modsvarer den effektive installationshgjde

oo ("F 000

NEDERSTE UNDERJORDISKE PLAN

Veelg kurven 'b', der modsvarer den effektive installationshgjde

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

All other floors (@ m [kgd] Lowest underground floor ()
60

55

50

45

6

s

\\\P
A

40

35

30

/ 10
//f_/ """ st ? 25m© 354%

T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(b) -
[m?] Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m

5 — | —| —|44]|60|60|68| — | —| —|35|40|46|52 53 |31.831.8(35.5/41.6|47.7|53.8|59.9 26.8 | 26.8| 30.5| 36.6 | 42.7 | 48.8| 54.9
6 — | —|44|60|63|72|81| — | —[35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0( 27.4 | 27.4|31.1| 37.3|43.5|49.7 | 56.0
7 | 46|46 |60(63|74|84|/95|35|35(40|48|56|64|73 55 |32.9(32.9(36.7|43.0/49.3|55.7|62.0( 27.9 | 27.9| 31.7| 38.0|44.3| 50.7 | 57.0
8 [ 60|60(60|72|84|96|108| 41 |41|46|55|64|74|83 56 |33.4|33.4|37.2|43.7|50.1|56.6|63.0 | 28.4 | 28.4|32.2| 38.7 |45.1| 51.6| 58.0
9 | 68|68|68|81|95|108/122| 46 |46|52|62|73|83|93 57 |33.9(33.9|37.8/44.4|50.9|57.5|64.1(28.9|28.9/32.8/39.4|45.9|52.5| 59.1
10 [ 75 |75|75|90|10.5/12.0|13.5| 51 | 51 | 58| 6.9 | 81| 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1(29.4 | 29.4|33.4|40.1|46.7 | 53.4| 60.1
11 | 83 /83[83|99|11.6/13.2/149| 56 | 56|63 | 7.6|89|10.1/11.4 59 |34.934.939.0/45.8/52.5|59.3|66.1(29.9|29.9/34.0/40.8|47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 [10.8|12.6|14.4|16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83 | 9.7 |11.1|12.4 60 [35.4|35.4|39.5(46.4|53.4|60.3(67.2|30.4 |30.4|34.5(41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 9.8 /9.8 |98 |11.7|13.7|/15.6/17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5 | 9.0 |10.5/12.0|13.5 61 | 35.9|35.9/40.1/47.1/54.2|61.2|68.2| 30.9 |30.9|35.1|42.1|49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5/10.5/10.5(12.6|14.7|16.8|18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9(14.5 62 |36.4|36.4|40.7 47.8(55.0|62.1(69.2|31.4 |31.4|35.7|42.8|50.0| 57.1| 64.2
15 | 11.3/11.3|11.3|/13.5/15.8/18.0/20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1|13.8| 15.5 63 |36.9(36.9/41.3/48.5/55.8|63.0/70.3|31.9|31.9/36.3|43.5/50.8|58.0|65.3
16 | 12.0/12.0{12.0{14.4|16.8|19.2|21.6| 8.1 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8|49.2|56.6|63.9(71.3|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|58.9| 66.3
17 [12.8/12.8|12.8/15.3|17.9/20.4|22.6| 8.6 | 8.6 | 9.8 |11.7|13.7|15.7| 17.6 65 |37.9|37.9|42.4/49.9/57.4|64.9|72.3|32.9|32.9/37.4|44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5/13.5(13.5(16.2|18.9|21.6/23.7| 9.1 | 9.1 [10.4|12.4|14.5|16.6|18.7 66 |38.438.4/43.0(50.6(58.2|65.8(73.4|33.4|33.4|38.0/45.6|53.2|60.8| 68.4
19 [ 14.3/14.3/14.3/17.1/20.0/22.5/24.7| 9.6 | 9.6 |10.9/13.1/15.3|17.5(19.7 67 |38.9|38.9/43.6/51.3/59.0|66.7 |74.4 | 33.9 |33.9/38.6/46.3|54.0/61.7|69.4
20 | 15.0/15.0(15.0|18.0(21.0|23.4|25.7| 10.1 |10.1|11.5|13.8|16.1|18.4| 20.7 68 [39.439.4|44.1|52.0/59.8|67.6|75.5|34.4 |34.4|39.1|47.0|54.8|62.6| 70.5
21 | 15.6|15.6/15.8|18.9/21.9|24.3|26.8| 10.6 | 10.6|12.1|14.5|16.9| 19.3| 21.8 69 |40.0|40.0|44.7 |52.7/60.6|68.5|76.5 | 35.0 | 35.0| 39.7|47.7|55.6|63.5| 71.5
22 (16.1]16.1(16.5(19.8(22.7|25.3|27.8| 11.1 |11.1|12.7|15.2|17.7|20.3| 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5(35.5|35.5/40.3|48.4|56.4|64.5|72.5
23 [ 16.7]16.7|17.3|20.7|23.5|26.2|28.8| 11.7 | 11.7|13.2|15.9|18.5| 21.2| 23.8 71 |41.0|41.0/45.9/54.0/62.2|70.4|78.6 | 36.0 | 36.0/40.9/49.0|57.2|65.4| 73.6
24 (17.2|17.2|18.0(21.6(24.3|27.1|29.9| 12.2 |12.2|13.8|16.6|19.3|22.1|24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7|63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7 | 58.0|66.3| 74.6
25 [17.717.7|18.8|22.3|25.1|28.0|30.9( 12.7 (12.7 |14.4|17.3|20.1|23.0| 25.9 73 |42.0|42.0|47.0|55.4/63.8|72.2|79.8|37.0|37.0/42.0/ 50.4|58.8|67.2| 75.6
26 (18.2]18.2(19.5/23.0(26.0|28.9|31.9| 13.2|13.2(15.0(18.0|21.0|23.9|26.9 74 |42.5|42.5|47.6|56.1/64.6|73.2|79.8 | 37.5|37.5/42.6/51.1|59.6|68.2| 76.7
27 |18.7]18.7|20.3|23.7|26.8|29.9|33.0| 13.7 |13.7 [15.5|18.7 | 21.8|24.9| 28.0 75 |43.0(43.0/48.2|56.8/65.4|74.1/79.8 | 38.0 |38.0/43.2|51.8|60.4|69.1|77.7
28 [19.2|19.2|121.0(24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2 | 14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5/66.2|75.0|79.8 | 38.5|38.5|43.7|52.5|61.2|70.0| 78.7
29 [19.719.7|21.7|25.0/28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7 | 16.7 | 20.0| 23.4| 26.7 | 30.0 77 |44.0 |44.0|49.3|58.2|67.1|75.9|79.8| 39.0 |39.0|44.3|53.2|62.1|70.9/79.8
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2 |15.2(17.3|20.7|24.2| 27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8|79.8|39.5 |39.5|44.9|53.9/62.9|71.8|79.8
31 [20.7|20.7 |22.826.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.7 | 17.8|21.4| 25.0| 28.6 | 32.1 79 |45.0 [45.0/50.5|59.6|68.7 | 77.8|79.8|40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7 | 72.8|79.8
32 [21.2|121.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2 |16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5[45.5(51.1|60.3|69.5|78.7|79.8|40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7|79.8
33 [21.7|21.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7 | 19.0|22.8|26.6| 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0/51.6/61.0/70.3|79.6|79.8|41.0 |41.0|46.6|56.0/65.3|74.6|79.8
34 [22.2|22.2|24.6(28.5(32.4|36.3|40.2| 17.2 (17.2({19.6(23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.5(52.2|61.6|71.1(79.8|79.8|41.5 |41.5|47.2|56.6|66.1|75.5|79.8
35 [227)22.7|25.1]29.2|33.2|37.2|41.3| 17.7 |17.7|20.1|24.2|28.2| 32.2| 36.3 83 |47.0|47.0/52.8|62.3|71.9|79.8|79.8 | 42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4|79.8
36 |23.2|23.2|25.7(29.9(34.0|38.2|42.3| 18.2 |18.2|20.7 | 24.9|29.0| 33.2| 37.3 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0|72.7|79.8 |79.8 | 42.6 |42.6 |48.4|58.0|67.7 | 77.4|79.8
37 |23.7|23.7|26.3|30.6|34.8|39.1/43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.6|29.8| 34.1| 38.3 85 |48.1|48.1/53.9|63.7|73.5|79.8|79.8 | 43.1 |43.1|48.9|58.7|68.5|78.3| 79.8
38 [24.2|24.2|126.9(31.2|35.6|40.0/44.4] 19.2 (19.2|21.9|26.2|30.6|35.0 | 39.4 86 |48.6|48.6|54.5|64.4|74.3|79.8|79.8 | 43.6 |43.6|49.5|59.4|69.3|79.2|79.8
39 [24.8|24.8(27.4|31.9|36.4|40.9/45.4] 19.8 (19.8|22.4|26.9|31.4|35.9|40.4 87 |49.149.1/55.1|65.1|75.1|79.8|79.8 | 44.1 |44.1|50.1|60.1|70.1|79.8|79.8
40 | 25.3(25.3|28.0|32.6|37.2|41.8|46.4|20.3 |20.3|23.0|27.6|32.2|36.8 |41.4 88 [49.6 |49.6|55.7 |65.8|75.9|79.8 |79.8 | 44.6 |44.6|50.7 |60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8(25.8(28.6/33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.8|23.6|28.3|33.0|37.842.5 89 [50.150.1/56.2|66.5|76.7|79.8 |79.8 | 45.1 |45.1|51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 | 26.3(26.3(29.2|34.0|38.8(43.7|48.5|21.3 |21.3|24.2|29.0 |33.8|38.7 | 43.5 90 | 50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8|45.6 |45.6|51.8|62.2|72.5|79.8|79.8
43 | 26.8(26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6| 21.8 |21.8|24.8|29.7 | 34.7 | 39.6 | 44.6 91 |51.1|51.1|57.4|67.9|78.3|79.8|79.8|46.1 |46.1|52.4|62.9|73.3|79.8|79.8
44 | 27.3|27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6| 22.3 |22.325.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 |51.6 |51.6(58.0|68.5|79.1|79.8|79.8|46.6 |46.6|53.0|63.5|74.1|79.8|79.8
45 |27.8|27.8|30.9(36.1|41.3|46.4/51.6|22.8 22.825.9(31.1|36.3|41.4|46.6 93 |52.1|52.1|58.5/69.2|79.8|79.879.8|47.1 |47.1|53.5|64.2|74.9|79.8|79.8
46 |28.3(28.3(31.5|36.8|42.1|47.4|52.7| 23.3 |23.3|26.5|31.8 |37.1|42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1|69.9|79.8|79.8|79.8|47.6 |47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 | 28.8(28.8(32.1|37.5|42.9(48.3|53.7| 23.8 | 23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 |53.1|53.1(59.7|70.6|79.8|79.879.8| 48.1 |48.1|54.7|65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 | 29.3(29.3(32.6|38.2|43.7 (49.2|54.7| 24.3 | 24.3|27.6|33.2|38.7 | 44.2| 49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8|48.6 |48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.8(29.8(33.2|38.8|44.5(50.1|55.8| 24.8 | 24.828.2|33.8(39.5|45.1|50.8 97 |54.1|54.1|60.8|72.0|79.8|79.879.8|49.1 |49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3|30.3(33.8(39.5|45.3|51.1|56.8|25.3 |25.3|28.8|34.5|40.3|46.1|51.8 98 |54.6 |54.6|61.4|72.7|79.8|79.8|79.8|49.6 |49.6|56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 |30.8|30.8(34.4(40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.829.4|35.2|41.1|47.0|52.8 99 |55.1(55.1(62.0|73.4|79.8|79.879.8|50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 |31.3/31.3|34.9]40.9|46.9|52.9|58.9] 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9/47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7|62.6 | 74.1|79.8 |79.8 |79.8| 50.7 | 50.7 | 57.6|69.1|79.8 | 79.8 | 79.8

A Areal for rummet, hvor systemet anvendes

m Greanse for den samlede mangde kglemiddel pafyldt systemet
(a) All other floors(=alle andre etager)
(b) Lowest underground floor(=nederste underjordiske plan)
(c) Effective installation height(=effektiv installationshgjde)
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

Trin 3 — Bestem den samlede mangde kglemiddel i systemet:

Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] O~ |kg
GWP: xxx
o- T

(2]
9 90:0- |k
I !1 ,ﬁl Gv:::’;kg = tc?)zeq

Samlet pafyldt maengde=pafyldt ab fabrik @+ekstra pafyldt kglemiddel ®
=3,4 kg+R®

@ R-vaerdien (ekstra kglemiddel, som skal pafyldes) beregnes under "19.4 Bestemmelse af
ekstra maengde kglemiddel" [» 101].

Trin 4 — Den samlede mangde kglemiddel i systemet SKAL vaere mindre end den
laveste graenseveerdi for pafyldt kelemiddel i hvert rum med en installeret
indendgrsenhed eller i rum, hvor luften behandles af en kanalforbundet
indendgrsenhed installeret i et andet rum. Hvis IKKE, skal installationen aendres (se
muligheder nedenfor), og alle fgrnaevnte trin skal gentages.

1. Forggelse af arealet i det rum, der begraenser den samlede pafyldte
mangde.

ELLER

2. Reduktion af rgrleengden ved at andre systemopbygningen.
ELLER

3. Forggelse af enhedens eller kanalens installationshgjde.
ELLER

4. Yderligere forholdsregler, som beskrevet i relevant lovgivning.

SVS output eller ekstra output-printkort til indendgrsenheden kan
anvendes til at tilslutte og aktivere yderligere sikkerhedsindretninger
(f.eks. mekanisk ventilation). For yderligere information, se

"20.3 Tilslutning af eksterne outputs" [» 116].

ELLER

5. Finjustering af systemet med mere detaljerede beregninger i VRV Xpress.

BEMZRK
Den samlede pafyldte maengde kglemiddel i systemet SKAL altid veere under 79.8 kg.

Eksempel 1:

Rum
A B C D
Areal [m?] 20 30 50 50
Installationshgjde [m] 3,5 2,2 1,8 2,5
Nederste underjordiske plan — — ° °
Andre etager ° ° — —
Graense for maengden af pafyldt kglemiddel [kg] | 21,0 20,2 25,3 28,8

Graense for maengden af pafyldt kglemiddel i 20,2
systemet [kg]

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

Rum
Al B | c D
Pafyldt kglemiddel i systemet [kg] 22,0
Bedgmmelse X
—— b
A
= 1b
a B
— by —1b
Cc D
a Udendgrsenhed
b Indendgrsenhed
A/B/C/D Rum A/B/C/D
Eksempel 2:
Rum
A B C D
Areal [m?] 10 20 10 20
Installationshgjde [m] 3,0 2,2 3,0 2,2
Nederste underjordiske plan — — ° °
Andre etager ° ° — —
Granse for maengden af pafyldt kglemiddel [kg] 9,0 15,0 6,9 10,1

Graense for maengden af pafyldt kglemiddel i 6,9
systemet [kg]

Pafyldt kglemiddel i systemet [kg] 6,5
Bedgmmelse v
—___1b
A
4 1b
a B
— _1b)H b
Cc D

a Udendgrsenhed
b Indendgrsenhed
A/B/C/D Rum A/B/C/D

Eksempel 3:
Rum
A B
Areal [m?] 20 30
Installationshgjde [m] 2,5 2,5
Nederste underjordiske plan — —
Andre etager ° °

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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16 | Seerlige krav til R32 enheder

Rum
A B
Graense for maengden af pafyldt kglemiddel [kg] — 22,3
Granse for maengden af pafyldt kglemiddel i 22,3
systemet [kg]
Pafyldt kglemiddel i systemet [kg] 20,0
Bedpgmmelse v
m
a v !
A B
a Udendgrsenhed
b Indendgrsenhed
A/B  Rum A/B
Eksempel 4:
Rum
B
Areal [m?] 8 20
Installationshgjde [m] 2,5 2,5
Nederste underjordiske plan — —
Andre etager ° °
Granse for maengden af pafyldt kelemiddel [kg] 6,0 15,0
Granse for maengden af pafyldt kglemiddel i 6,0
systemet [kg]
Pafyldt kglemiddel i systemet [kg] 12,0
Bedgmmelse X
b
b [
a
v o
A B
a Udendgrsenhed
b Indendgrsenhed
A/B RumA/B
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
66 VRV 5-S system klimaanlzeg

4P848372-1A—2026.07




16 | Seerlige krav til R32 enheder

Flowdiagram

Kontrol af, om rumstarrelsen
lever op til kravene

Bestem rumarealet for alle rum
med en installeret indendars-
enhed eller for rum, hvor luften
behandles af en kanalforbundet
indendgrsenhed fra et andet rum.
Se trin 1 i teksten ovenfor

Alm? l

Bestem greensen for den samlede
maengde pafyldte keglemiddel i
grafen for nederste underjordiske
plan og andre etager.

Se trin 2 i teksten ovenfor.

Greense for samlet meengde i

péfyldte kolemiddel [kg]

Bestem samlet meengde
kglemiddel i systemet.
Se trin 3 i teksten ovenfor.

Samlet pafyldt
maengde [kg] /Endring af installation:
1. Forggelse af rumareal.
ELLER
2. Reduktion af rgrleengden ved at eendre
opbygningen.
ELLER

3. Forggelse af enhedens installationshgjde
eller kanalens hgjde.
ELLER
4. Yderligere forholdsregler, som beskrevet i
relevant lovgivning.
ELLER
5. Finjustering af systemet med mere
detaljerede beregninger i VRV Xpress.

Se trin 4 i teksten ovenfor.

Samlet pafyldt maengde
<
Greense for samlet
pafyldt maengde?

Start installation
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17 | Installation af enhed

17 Installation af enhed

ﬁ ADVARSEL

Installationen SKAL overholde de krav, der geelder for dette R32 udstyr. For
yderligere information, se "3.1 Instruktioner vedrgrende udstyr, der anvender R32

kglemiddel" [» 17].

| dette afsnit

17.1

Klarggring af installationsstedet

17.1.1  Krav til udendgrsenhedens installationssted

17.1.2  Yderligere krav til udendgrsenhedens installationssted i koldt klima

Abning og lukning af enheden

17.2.1  Om abning af enhederne
17.2.2  Sadan abnes udendgrsenheden
17.2.3  Sadan lukkes udendgrsenheden
Montering af udendgrsenheden

17.3.1  Om montering af udendgrsenheden

17.3.2  Forholdsregler ved montering af udendgrsenheden..

17.3.3  Sadan tilvejebringes installationens struktur .....
17.3.4  Sadan installeres udendgrsenheden ..........

17.3.5  Sadan tilvejebringes aftapning
17.3.6  Sadan forhindres udendgrsenheden i @t VaEITE .......oiiiiiiiciiiii s

17.1 Klarggring af installationsstedet

ADVARSEL
Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antaendelseskilder (eksempelvis:

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er taendt).

Veaelg et installationssted med tilstraekkelig plads til at transportere enheden ind i
og ud fra stedet.

Installer IKKE enheden pa steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser. Hvis
der udfgres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes meget stgv, SKAL
enheden daekkes til.

17.1.1 Krav til udendgrsenhedens installationssted

° INFORMATION
l Laes ogsa fglgende krav:

= Generelle krav til installationssted. Se "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 8].

* Pladskrav vedr. servicearbejde. Se "28 Tekniske data" [» 153].
= Krav til kglergr (leengde, hgjdeforskel). Se "18.1.1 Krav til kglergr" [» 77].

INFORMATION

Udstyret lever op til kravene for handelsvirksomheder og let industri, nar det

i @

installeres og vedligeholdes professionelt.

FORSIGTIG
Der ma IKKE veaere direkte adgang til udstyret. Det skal installeres pa et sikkert sted,

og der ma ikke vaere umiddelbar adgang.

Denne enhed kan installeres i erhvervsejendomme og i lettere industri.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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17 | Installation af enhed

Udendgrsenheden er udelukkende beregnet til udendgrs installation og til brug
ved fglgende omgivende temperaturer:

Opvarmning -20~21°C DB

—20~15,5°C WB

Kgling -5~46°C DB

Bemeerk: Hvis udendgrsenheden installeres indendgrs, skal man kontrollere
geeldende lovgivning.

BEMZARK
Udstyret, der beskrives i denne manual, kan danne elektrisk st@j pa grund af

hgjfrekvent energi. Udstyret lever op til forskrifter vedrgrende en fornuftig
beskyttelse mod denne stg@j. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme
stgj ved nogle installationer.

Det anbefales derfor, at man installerer udstyr og elektriske ledninger med en vis
afstand til stereoudstyr, pc'er osv.

Pc eller radio

Sikring

Fejlstrgmsafbryder

Brugerinterface

Indendgrsenhed (udelukkende til illustration)
Udendgrsenhed

-0 Q. n T QO

Pa steder med darlig modtagelse skal man holde en afstand pa 3 m eller mere for
at undgd elektromagnetiske forstyrrelser fra andet udstyr, og man skal bruge
kabelrgr til strgmforsyningskabler og transmissionsledninger.

Sgrg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og luftcirkulation.

Sgrg for, at installationsstedet kan holde til enhedens vaegt og vibrationer.

Sgrg for, at omradet er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsdbninger.
Sgrg for, at enheden er i vater.

Veelg et sted, hvor regn for sa vidt muligt kan undgas.

Sgrg for, at installationsstedet eller omgivelserne ikke beskadiges i tilfelde af en
vandlaekage.

Kontrollér, at enhedens luftindtag ikke peger i den hyppigst forekommende
vindretning. Frontal vind vil forstyrre enhedens drift. Brug eventuelt en skaerm til
at spaerre for vinden.

Du skal sikre dig, at der ikke kan opsta vandskade pa brugsstedet ved at montere
vanddreen i fundamentet, og der ma ikke kunne dannes vandlommer i
konstruktionen.

Vaelg et sted, hvor driftsstgjen eller den varme/kolde luft, der afgives fra
enheden, ikke generer nogen. Brugsstedet skal opfylde kravene i geeldende
lovgivning.
Varmevekslerens finner er skarpe og kan forarsage personskade. Vealg et
installationssted, hvor der ikke er risiko for personskade (iseer i omrader, hvor
bgrn leger).

Installér IKKE enheden pa fglgende steder:

RXYSA4~6B7V/Y1B
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17 | Installation af enhed

= | eksplosionsfarlig atmosfzere.

= P4 steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bglger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfgrer at
udstyret ikke virker korrekt.

= P3 steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af brandfarlige gasser
(f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller antaendeligt stgv.

= P4 steder, hvor der dannes atsende gas (f.eks. gasformig svovlsyre).
Korrosionsdannelse pa kobberrgr eller loddede dele kan medfgre kglemiddel-
lekage.

= Steder, hvor der forekommer olietdge, -sprgjt eller -damp i atmosfaeren.
Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medfgre vandlaekage.

= Stgjfglsomme omrader (f.eks. i naerheden af et soveveerelse), sa stgj fra driften
skal give problemer.
Bemaerk: Hvis stgjniveauet males under faktiske installationsbetingelser, vil den
malte veerdi vaere hgjere end lydtrykket anfgrt i "Lydspektrum" i databogen pa
grund af stgj fra omgivelserne og stgjrefleksion.

° INFORMATION
l Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa fglgende steder, da det kan forkorte
enhedens levetid:

= Hvis der er store spandingsudsving
= | kgretgjer eller pa skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

Installation tzet pa havet. Udendgrsenheden ma IKKE udsaettes for vind, som
kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion pa grund af hgjt saltindhold i
luften, da det kan forkorte enhedens levetid.

Montér udendgrsenheden afskeermet mod vind, som kommer direkte fra havet.

Eksempel: Bag bygningen.

H HHBHBA

o | []

a Vind fra havet
b Bygning
¢ Udendgrsenhed

Hvis udendgrsenheden pavirkes af vind, som kommer direkte fra havet, skal man
montere en vindskaerm.

= Hgjde pa vindskeerm >1,5 x hgjden pa udendgrsenheden
= Vaer opmaerksom pa pladskrav til servicearbejde ved montering af vindskaermen.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17 | Installation af enhed

o
Qo
H HHBHBA

[ 1]

Vind fra havet

Bygning
Udendgrsenhed
Vindskaerm

Kraftig vind (=18 km/t.), som blaeser mod udendgrsenhedens luftudtag, forarsager
kortslutning (sugning af afgangsluft). Dette kan medfgre:

forringet driftskapacitet
= hyppig frostdannelse ved opvarmning
driftsafbrydelser pa grund af faldende lavt tryk eller forggelse af hgjt tryk

en defekt ventilator (hvis der konstant bleeser kraftig vind pa ventilatoren, kan
den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den gar i stykker).

Q. n TO

Det anbefales at installere en skaermplade, nar luftudgangen udseettes for vind.

Det anbefales at installere udendgrsenheden med luftindgangen vendt ind mod
vaegge, sa den IKKE udsaettes direkte for vind.

a Prelplade
b Fremherskende vindretning
¢ Luftafgang

17.1.2 Yderligere krav til udendgrsenhedens installationssted i koldt klima

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og sgrg for, at udendgrsenheden
ALDRIG sner til.
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17 | Installation af enhed

Snedaekke eller skur

Forhgjning (min. hgjde=150 mm)
Fremherskende vindretning
Luftafgang

o n T O

Sne kan hobe sig op og fryse mellem varmeveksleren og enhedens kabinet. Dette
kan reducere systemets ydelse. For anvisninger om hvordan dette forhindres (efter
montering af enheden) henvises til "17.3.5 Sadan tilvejebringes aftapning" [» 75].

BEMARK

Nar enheden kgrer med lav udendgrs temperatur og hgj fugtighed, skal man sgrge
for at holde enhedens draenhuller abne med brug af den ekstra bundpladevarmer (se
"15 Om enheden og tilbehgr" [» 53]).

17.2 Abning og lukning af enheden

17.2.1 Om abning af enhederne

Pa visse tidspunkter er du ngdt til at dbne enheden. Eksempel:
= Ved tilslutning af kglergr

= Ved tilslutning af de elektriske ledninger

= Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@®D
Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar servicedaekslet er fjernet.
17.2.2 Sadan dbnes udendgrsenheden

ﬁ FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17.2.3 Sadan lukkes udendgrsenheden

BEMZARK
Nar du lukker udendgrsenhedens daeksel, skal du sgrge for, at spaendingsmomentet

ikke overstiger 4,1 Nem.
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17.3 Montering af udendgrsenheden

17.3.1 Om montering af udendgrsenheden

Typisk arbejdsgang

Montering af udendgrsenheden bestar typisk af felgende trin:
1 Sadan tilvejebringes installationens struktur.

2 Installering af udendgrsenheden.

3 Sadan tilvejebringes aftapning.

4 Sadan forhindres enheden i at valte.

17.3.2 Forholdsregler ved montering af udendgrsenheden

INFORMATION

o
l Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i fglgende kapitler:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [ 8]

= "17.1 Klarggring af installationsstedet" [» 68]
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17.3.3 Sadan tilvejebringes installationens struktur

Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet, sa enheden ikke vil
frembringe vibration eller stgj.

Fastggr enheden forsvarligt med fundamentskruerne i overensstemmelse med
fundamenttegningen.

Forbered 4 szt forankringsbolte, mgtrikker og skiver (medfglger ikke) pa fglgende
made:

(mm)

a Pas pa ikke at tildeekke aflgbshullerne i enhedens bundplade.

INFORMATION

Den anbefalede hgjde af gverste del af boltene, der stikker ud, er 20 mm.

i

i @

BEMZRK
Fastggr udendgrsenheden til funderingsboltene med mgtrikker med laseskiver (a).

Hvis overfladebehandlingen er fiernet i tilspaendingsomradet, ruster metallet let.

-
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17.3.4 Sadan installeres udendgrsenheden

>

--=—-@-@-

17.3.5 Sadan tilvejebringes aftapning

= Sgrg for, at kondensvandet kan Igbe korrekt ud.

= Installer enheden pa en sokkel for at sikre korrekt aflgb, sa isansamlinger kan
undgas.

= Klarggr en aflgbskanal omkring fundamentet til aflgb af spildevand fra enheden.

= Undgd, at aflgbsvandet Igber ud over gangomrader, der ellers kan blive glatte
ved omgivende temperatur under frysepunktet.

= Hvis du installerer enheden pa en ramme, skal du montere en vandtaet plade
150 mm fra enhedens bund for at forhindre, at der traenger vand ind i enheden,
og for at undga, at aflebsvandet drypper (se den fglgende figur).

° INFORMATION

l Om ngdvendigt kan der bruges en aflpbsbakke (medfglger ikke) for at forhindre
aflgbsvand i at dryppe.

BEMARK

Hvis enheden IKKE KAN installeres helt plan, skal man altid sikre, at haeldningen er
mod enhedens bagside. Dette er ngdvendigt for at garantere korrekt aflgb.

Hvis dreenhullerne pa udendgrsenheden er daekket af et monteringselement eller af
underlaget, skal du haeve enheden, sa der bliver en afstand pa mere end 150 mm
under udendgrsenheden.

®
@ BEM/ERK

2150 mm

NI
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Aflgbshuller (mal i mm)

&
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A Udlgbsside
B Afstand mellem forankringspunkterne
C Bundramme
D Aflgbshuller
E Forberedte huller til sne

Sne

| omrader med snefald, kan sne hobe sig op og fryse mellem varmeveksleren og
enhedens kabinet. Dette kan reducere systemets ydelse.

INFORMATION

°
l Vi foreslar installation af den ekstra bundpladevarmer (EKBPH250D7), nar enheden
installeres i koldt klima.

17.3.6 Sadan forhindres udendgrsenheden i at veelte

Hvis enheden installeres pa et sted, hvor staerk vind kan vippe enheden, bgr der
treeffes fglgende forholdsregler:

1 Klarggr 2 kabler som vist pa billedet nedenfor (medfglger ikke).
2 Anbring de 2 kabler over udendgrsenheden.

3 Indszt en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden for at
forhindre, at kablerne skraber lakeringen (medfglger ikke).

Forbind enderne af kablerne.

Fastger kablerne.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Installation af rgr

FORSIGTIG

Se "3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren" [» 14] for at kontrollere, at
installationen overholder alle sikkerhedsbestemmelser.

| dette afsnit

18.1  Klarggring af kelergr

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2  Tilslutning af kelergr

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

18.3  Rgrdetaljer i tilfeelde af udskiftning..
18.4  Kontrol af kglergrene

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Krav til kglergr ..
Kglergrsmateriale

Isolering af kglergr

Valg af rgrstgrrelse
Valg af seet med kgleforgreningsrgr

Kglergrsleengde og hgjdeforskel

Om tilslutning af kglergr ..

Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af kglergr .

Retningslinjer for bgjning af rgr

Fjernelse af sammenklemte rgr
Lodning af rgrenden

Anvendelse af stophane og servicetilslutning

Tilslutning af kglergr til udendgrsenheden

Tilslutning af seet med kgleforgreningsrgr

Kontrol af kelergr

Kontrol af kglergr: Generelle retningslinjer

Kontrol af kglergr: Indstilling ...

Udfgrelse af leekagetest...
Vakuumtgrring

18.1 Klarggring af kglergr

| tilfeelde af udskiftning af en R410A enhed, se da ogsa afsnit "18.3 Rgrdetaljer i
tilfeelde af udskiftning" [» 91] med vigtig information.

18.1.1 Krav til kglergr

BEMARK

Rgr og andre dele under tryk skal kunne anvendes til kglemiddel. Anvend helvalset
kobber deoxideret med phosphorsyre til kglergr.

i @

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 8].

= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved fremstilling), skal
vaere <30 mg/10 m.

18.1.2 Kglergrsmateriale

Rgrmateriale

Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Kraveforbindelser

Brug kun udglgdet materiale.

Haerdningsgrad for rgr og vaegtykkelse

Udvendig diameter (#)| Haerdningsgrad Tykkelse (t)*®

6,4 mm (1/4") Udglgdet (O) >0,80 mm \f’@t
9,5 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Udglgdet (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Halvhardt (1/2H) >0,80 mm

@ Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale arbejdstryk (se "PS High" pa
enhedens typeskilt), kan det veere ngdvendigt at anvende rgr med en stgrre vaegtykkelse.

18.1.3 Isolering af kglergr

= |soleringstykkelse:

Omgivende temperatur Fugtighed Minimum tykkelse
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm
luftfugtighed
>30°C >80% relativ luftfugtighed 20 mm

18.1.4 Valg af rgrstgrrelse

Bestem den korrekte stgrrelse med brug af de fglgende tabeller og
referencetegningen (kun et eksempel).
VRV DX

1

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Udendgrsenhed
2 Set med kgleforgreningsror
3-1~3-4 VRV DX indendgrsenheder
A Rgr mellem udendgrsenhed og (fgrste) st med kgleforgreningsrgr
B-1, B-2 Rgrfgring mellem saet med kgleforgreningsrgr
C-1~C-4 Rgrfgring mellem saet med kgleforgreningsrgr og indendgrsenhed
Hvis den pakraevede rgrdimension (mal angivet i tommer) ikke forefindes, kan man
0gsad anvende andre diametre (mal angivet i mm), hvis man er opmaerksom pa

folgende:

= Man skal veelge den rgrdimension, som ligger teettest pa den pdkraevede
dimension.

= Man skal anvende passende adaptere til overgangen fra rgr med mal i tommer til
rer med mal i mm (medfglger ikke).

= Beregningen af ekstra mangde kglemiddel skal justeres, som naevnt i
"19.4 Bestemmelse af ekstra maengde kglemiddel" [» 101].
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A: Rgr mellem udendgrsenhed og (fgrste) saet med kgleforgreningsrogr

Hvis de tilsvarende rgrleengder mellem udendgrsenheden og indendgrsenheden
lengst vaek er 90 m eller derover (b+d), skal stgrrelsen pa hovedgasrgret (b)
forgges (overstgrrelse). Hvis det anbefalede gasrgr (overstgrrelse) ikke kan fas, skal
man bibeholde den originale rgrdiameter (hvilket kan medfgre et lille fald i
kapacitet).

L
b c ]
— ]
a Udendgrsenhed
b Hovedgasrgr (forggelse af rgrstgrrelse, hvis laengden b+d > 90 m)
¢ Fgrste seet med kgleforgreningsrgr
d Regrfgring mellem indendgrsenhed og f@rste seet med kgleforgreningsrgr
e Indendgrsenhed leengst vaek
Udendgrsenhed Rorstgrrelse udvendig diameter [mm]
kapacitetstype Gasrgr Vaeskergr
HP
il Standard Overstgrrelse (kun
lbl)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Rerfgring mellem szet med kgleforgreningsrgr

Veelg ud fra fglgende tabel i henhold til indendgrsenhedens totale kapacitet,
tilsluttet nedstrgms. Tilslutningsrgret ma ikke veere stgrre end kglergret valgt pa
basis af systemets generelle modelnavn.

Indendgrsenhed kapaci- Rérstgrrelse udvendig diameter [mm]
tetsindeks Gasrgr

Vaeskergr

0<x<182 15,9 9,5

Eksempel: Nedstrgms kapacitet for B-1 =kapacitetsindeks for enhed
3-1+kapacitetsindeks for enhed 3-2

C: Rorfgring mellem szt med kpleforgreningsrgr og indendgrsenhed

Brug samme diameter som pa forbindelserne (vaeske, gas) pa indendgrsenhederne.
Indendgrsenhedernes diametre er fglgende:

Indendgrsenhed kapaci- Rérstgrrelse udvendig diameter [mm]
tetsindeks Gasrgr Vaeskergr
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 Valg af seet med kgleforgreningsrgr

Vedrgrende rgreksempel, se "18.1.4 Valg af rgrstarrelse" [» 78].

Samleled ved fgrste forgrening (set fra udendgrsenheden)

Ved anvendelse af samleled ved den fgrste forgrening set fra udendgrsenheds-
siden skal du velge fra den fglgende tabel i overensstemmelse med
udendgrsenhedens kapacitet. Eksempel: Samleled A—>B-1.
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Udendgrsenhed kapacitetstype (HP)

Saet med kgleforgreningsrgr

4~6

KHRQ22M20TA

Samleled ved andre forgreninger

Vedr. samleled til andre forgreninger end den fgrste skal du veelge det korrekte saet
med forgreningsrgr baseret pa oversigten over total kapacitet for alle

indendgrsenheder tilsluttet efter kgleforgreningsrgret. Eksempel: Samleled
B-1->C-1.
Kapacitet for indendgrsenhed Szt med kgleforgreningsror
<182 KHRQ22M20TA
Samlergr

Vedrgrende samlergr skal man veelge ud fra fglgende tabel i henhold til den totale
kapacitet pa alle indendgrsenheder, som er tilsluttet under samlergret.

Kapacitet for indendgrsenhed
<182

Seet med kgleforgreningsrgr
KHRQ22M29H

INFORMATION

Der kan maksimalt tilsluttes 8 forgreninger til et samlergr.

i @

18.1.6 Kglergrsleengde og hgjdeforskel

Tilslutning kun med VRV DX indendgrsenheder

Rerlengderne og hgjdeforskellene skal overholde fglgende krav. Bemaerk: Samme
restriktioner for rgr geelder for EKVDX enheder

Krav Graense
120 m

Maks. faktisk rgrleengde

= Eksempel 1, enhed 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Granse
= Eksempel 2, enhed 6: a+b+h<Graense

= Eksempel 2, enhed 8: a+i+k<Graense

= Eksempel 3, enhed 8: a+i<Graense

150 m
300 m

Maks.aekvivalente rgrlaengde'®

Maks. total rgrlaengde
= Eksempel 1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Graense

Maks. l2ngde mellem fgrste saet med kgleforgreningsror og 40m

indendgrsenhed

= Eksempel 1, enhed 8: b+c+d+e+f+g+p<Graense
= Eksempel 2, enhed 6: b+h<Graense

= Eksempel 2, enhed 8: i+k<Graense

= Eksempel 3, enhed 8: i<Graense

Maks. hgjdeforskel mellem 50m

udendgrs- og indendgrsenhed

Udendgrsenhed hgjere end
indendgrsenhed

= Eksempler: H1<graense

Udendgrsenhed lavere end 40 m

indendgrsenhed

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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@ Antaget aekvivalent rgrleengde pa samleled =0,5 m og samlergr=1 m (til beregning af
xkvivalent rgrlzengde, ikke til beregning af maengde kglemiddel til pafyldning).

18-1 Eksempel 1: | tilfeelde hvor der udelukkende anvendes samleled

<4 Samleled
1~8 VRV DX indendgrsenheder

18-2 Eksempel 2: | tilfaelde hvor der anvendes samleled og samlergr

<4 Samleled
> Samlergr
1~8 VRV DX indendgrsenheder

& 18-3 Eksempel 3: | tilfeelde hvor der udelukkende anvendes samlergr
> Samlergr
1~8 VRV DX indendgrsenheder

Forbindelse med VRV DX indendgrsenheder og luftbehandlingsenheder
(kombineret layout) og kun forbindelse med flere luftbehandlingsenheder
(multi-layout)

INFORMATION

°
l Fglgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system.

a Udendgrsenhed

b VRV DX indendgrsenhed

¢ Luftbehandlingsenhed (AHU)

d EKEXVA-seet
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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e VRV DX indendgrsenhed (kanal)

Ror Maksimal laengde (faktisk/aekvivalent)
Laengste rgr fra udendgrsenheden eller 50 m/55 m®
sidste multi udendgrs rgrforgrening
(A+B, A+C, A+D)
Lengste rgr efter fgrste forgrening (B, 40 m
C, D)
Total rgrleengde 300 m

@ Den tilladte min. lzengde er 5 m.

Tilslutning med kun en luftbehandlingsenhed (par-layout)

Ror Maksimal laengde (faktisk/aekvivalent)
Laengste rgr fra udendgrsenheden eller 50 m/55 m®
sidste multi udendgrs rg@rforgrening
Total rgrlzengde 150 m®

@ Den tilladte min. lzengde er 5 m.

®) Op til tre rgrforgreninger er mulige i tilfelde af en AHU med en indflettet varmeveksler.

Tilladt hgjdeforskel

Betegnelse Definition Hgjdeforskel [m]

H1 Hgjdeforskel mellem 50/40%
udendgrs- og 40/40"
indendgrsenheder

H2 Hgjdeforskel mellem 15
indendgrsenheder

H3 Hgjdeforskel mellem 5
EKEXVA-szet og AHU
enheder

@ Den tilladte hgjdeforskel er 50 m, hvis udendgrsenheden er placeret hgjere end
indendgrsenheden, og 40 m, hvis udendgrsenheden er placeret lavere end
indendgrsenheden. Hvis der kun anvendes VRV DX indendgrsenheder, kan den tilladte
hgjdeforskel mellem udendgrs- og indendgrsenheder forlaenges til 90 m, uden behov for
et ekstra seet. | dette tilfaelde skal alle betingelser nedenfor vaere opfyldt:

Udendgrsenheden er placeret hgjere end indendgrsenhederne:
* Stgrre kglergr (se "18.1.4 Valg af rgrstgrrelse” [» 78] for mere information)
e Aktivér indstillingen af udendgrsenheden. Se yderligere information i servicevejledningen.

Udendgrsenheden er placeret lavere end indendgrsenhederne:
e Stgrre kglergr (se "18.1.4 Valg af rgrstgrrelse" [» 78] for mere information)
* Aktivér indstillingen af udendgrsenheden. Se yderligere information i servicevejledningen.
©) Ved en kombination af VRV DX indendgrsenheder og AHU enheder, flere AHU enheder
(EKEXVA+EKEA szet), samt ved tilslutning udelukkende af en AHU.

18.2 Tilslutning af kglergr

BEMARK

Kontrollér stgrrelsen pa ror til enheden og stgrrelsen pa rgr pa brugsstedet for at
finde ud af, hvilke forskruninger der skal anvendes.

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18.2.1 Om tilslutning af kelergr

For tilslutning af kglergr

Udendgrsenheden og indendg@rsenheden skal veere monteret.

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af kglergr omfatter:

= Tilslutning af kglergrene til udendgrsenheden

Tilslutning af seet med kgleforgreningsrgr

Tilslutning af kglergr til indendgrsenheden (se installationsvejledningen til
indendgrsenhederne)

Isolering af kglergr

Se retningslinierne for:

- Bgjning af rer

- Opkravning af rgrender

- Lodning

- Brug af spaerreventilerne

18.2.2 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af kglergr

if FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

®

BEMARK

Montér ALDRIG en tgrreenhed pa denne enhed for at forleenge dens levetid.
Tgrrematerialet kan nedbryde og gdelaegge systemet.

®

BEMZRK
Tag felgende forholdsregler for kglergr:

* Undga, at andet end det angivne kglemiddel blandes ind i kglergrsystemet (f.eks.
luft).

= Brug kun R32, nar du tilfgrer kglemiddel.

® Brug kun installationsveerktgj (f.eks. manifoldmalesaet), der udelukkende
anvendes til R32 installationer, for at kunne modsta trykket og forhindre
fremmed materiale (f.eks. mineralske olier og fugt) i at blive iblandet systemet.

= Beskyt rgrene, som beskrevet i den fglgende tabel, for at undga fugt, smuds osv. i
at treenge ind i rgrene.

= Veer forsigtig, nar kobberrgr fgres gennem vaegge.

Enhed Installationsperiode Beskyttelsesmetode
Udendgrsenhed >1 maned Knib rgret sammen
<1 mdned Knib rgrets ende sammen
Indendgrsenhed Uanset periode eller tildaek med tape

®

BEMARK

Abn IKKE speerreventilen til kglemiddel, fgr du har kontrolleret kglergrene. Nar der
skal pafyldes ekstra kglemiddel, anbefales det at abne speaerreventilen til kglemiddel
efter pafyldningen.
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18.2.3 Retningslinjer for bgjning af rgr

Brug en rgrbukker til bgjning af rgrene. Alle rgrbgjninger skal udfgres sa lempeligt
som muligt (bgjeradius bgr veere 30~40 mm eller mere).

18.2.4 Fjernelse af sammenklemte rgr

ADVARSEL
Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen, kan det blaese det

sammenklemte rgr af.

Hvis man ignorerer anvisningerne nedenfor, kan det medfgre tingsskade eller
personskade, som kan veere alvorlig alt efter omstaendighederne.

Ga frem pa fglgende made for at fjerne sammenklemte rgr:

1 Kontrollér, at spaerreventilerne er helt lukkede.

2 Tilslut udsugnings-/genvindingsenheden via en manifold til servicedbningerne
pa alle spaerreventiler.

a
5
— b

T

a Serviceabning
b Speerreventil

3 Opsaml gas og olie fra sammenklemte rgr ved hjelp af en passende
indretning.

FORSIGTIG
Led IKKE gasser ud i atmosfaeren.

4 Nar al gas og olie er opsamlet fra sammenklemte rgr, skal man tage
pafyldningsslangen af og lukke servicedabningerne.

5 Skeer den nederste del af rgret til gas- og vaeskespaerreventilerne langs den
sorte linje. Brug passende vaerktgj (f.eks. en rgrskaerer).
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A

Fjern ALDRIG det sammenklemte rgr ved at lodde.

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen, kan det blaese det
sammenklemte rgr af.

6 Vent, indtil al olie er dryppet ud, fgr du fortsaetter med at tilslutte rgrene pa
brugsstedet, hvis ikke tgmningen har vaeret fuldstaendig.

18.2.5 Lodning af rgrenden

BEMZRK
Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af rgr pa brugsstedet. Tilsaet

loddemateriale som vist pa tegningen.
<@25.4

1

X

= Indblaes kveelstof ved lodning, hvilket forhindrer, at der dannes store mangder
oxideret film pa indersiden af rgrene. Denne film kan pavirke ventiler og
kompressorer i kglesystemet negativt og medfgre, at anlaegget ikke fungerer
korrekt.

= Man skal med en trykreduktionsventil indstille kvaelstoftrykket til 20 kPa (0,2 bar)
(lige nok til, at man kan maerke det pa huden).

a b c d e

] 1
i N_Iﬁ)
Keglergr

Del, som skal loddes
Omvikling

Manuel ventil
Trykreduktionsventil
Kveelstof

7

<f I

-0 Q0 T O

= Brug IKKE antioxidanter ved lodning af rgrsamlingerne. Rester herfra kan

tilstoppe rgrene og gdelaegge udstyret.

= Brug IKKE flusmiddel ved lodning af kobber-kobber kglergr. Ved lodning skal man

anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP), som IKKE behgver flusmiddel.

Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kglergrene. Hvis man eksempelvis bruger
klorinbaseret flusmiddel, vil det medfgre rgrkorrosion, eller det vil beskadige
kgleolien, hvis flusmidlet indeholder fluor.

= Beskyt ALTID de omgivende overflader (f.eks. isoleringsskum) fra varme ved

lodning.
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18.2.6 Anvendelse af stophane og servicetilslutning

Handtering af spaerreventilen
Tag fglgende retningslinjer i betragtning:
= Speerreventilerne til gas og vaeske er lukket fra fabrikken.
= Alle speerreventiler skal sta abne under drift.

= P3 billedet nedenfor vises navnet pa hver del, der skal anvendes ved handtering
af spaerreventilen.

a Servicedbning og prop pa servicedbning
b Sperreventil

¢ Rgrforbindelse pa brugsstedet

d Sperreventilens daeksel

J

e d c

Servicedbning
Speerreventilens daeksel
Sekskanthul

Aksel

Ventilseede

Do n T O

= Brug IKKE magt ved handtering af spaerreventilen. Hvis du ggr det, kan
ventillegemet braekke.

Sadan abnes/lukkes stopventilen
1 Tagdaxkslet over spaerreventilen af.

2 Szt en sekskantnggle (vaeskeside: 4 mm, gasside: 6 mm) pa ventilspindlen og
drej spindlen:

Mod uret for at abne
Med uret for at lukke

3 Hold op, nar du IKKE kan dreje spaerreventilen leengere.

4 Spaend speerreventilen korrekt, nar du abner eller lukker den. Se korrekt
tilspeendingsmoment i tabellen nedenfor.

BEMARK

Et forkert moment kan medfgre kglemiddellekage og at speerreventilen bliver
defekt.

5 Montér spaerreventil-daekslet.

Resultat: Ventilen er nu aben/lukket.
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Handtering af servicedbningen
= Brug altid en pafyldningsslange med en pressetap, da servicedbningen er en
schraderventil.
= Efter arbejde ved serviceabningen skal du huske at spande kappen over
serviceabningen. Se tilspaendingsmomentet i tabellen nedenfor.
= Se efter, om der traenger kglemiddel ud, efter at kappen over serviceabningen er
blevet spaendt.

Tilspaendingsmoment

Stgrrelse spaer- Tilspaendingsmoment [Nem] (drej med uret for at lukke)
reventil [mm] Aksel
Ventillegeme | Unbrakonggle | Haette (ventil- | Serviceabning
prop)
©@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

18.2.7 Tilslutning af kglergr til udendgrsenheden

= Rorleengde. Hold rgrfgringen pd brugsstedet sa kort som muligt.
= Ro@rbeskyttelse. Beskyttelse af rgrfgringen pd brugsstedet mod beskadigelse.

BEMZRK
= Brug de medfglgende ekstra rgr, nar du laver rgrarbejde pa brugsstedet.

= Rerfgringen pa brugsstedet ma ikke bergre andre rgr, bundpladen eller
sidepladen. Man skal iszer ved tilslutning i bunden og i siden huske at beskytte
rgrene med passende isoleringsmateriale, sa de ikke bergrer kabinettet.

1 Ggrfglgende:

* Fjern servicedaekslet (a) med skruen (b).
* Fjern indgangspladen (c) til rgrene med skruer (d).
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2 Vealgenrgrfgring (a, b, c eller d).

Forside
Side
Bagside
Bund

o n T O

INFORMATION

i @

a Q r
/\|\

O
Q\_/B Eg\ﬂk\\\l
b l‘) b a\H

* lav det forberedte hul (a) i bundpladen eller daekpladen ved at banke pa
monteringspunkterne med en kaervskruetraekker og en hammer.

= Alternativt kan man skeere slidserne (b) ud med en nedstryger.

BEMZRK
Man skal vaere forsigtig, nar man laver hul ved de forberedte indgange:

* Undga at beskadige kabinettet og de underliggende rgr.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fjerne grater og male kanterne og
omraderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

* Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de forberedte kabelindgange, skal
man vikle tape omkring ledningerne for at undga beskadigelse.

3 Gogr felgende:

* Forbind det ekstra vaeskergr (a) med vaeskespaerreventilen (lodning).
= Forbind det ekstra gasrgr (b) med gasspaerreventilen (lodning).

N
L0
Il

fo!
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BEMZRK
Ved lodning: Lod f@rst veeskergret, derefter gasrgret. Fgr elektroden ind forfra

enheden og braenderen fra hgjre side for at lodde med flammerne udad. Undga at
opvarme kompressorens stgjisolering og andre rgr.

De to speerreventiler skal omvikles med vade klude for at beskytte ventilerne
indvendigt mod overophedning.

A

Elektrode

|ldfast plade

Braender

Flamme

Kompressor stgjisolering
Vaeskergr

Gasrgr

| -~ Q0 T O

4 Tilslut de ekstra rgr til rgrfgringen pa stedet med de ekstra rgrbgjninger
(lodning). Veer opmaerksom pa bgjningernes placering.

BEMARK
Beskyt altid de omgivende overflader (f.eks. ledninger, isoleringsskum) fra varme ved

lodning.

BEMZARK
Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret kglergrene og foretaget

vakuumtgrring. Hvis systemet kgrer med lukkede spzerreventiler, kan kompressoren
pdelegges.

18.2.8 Tilslutning af seet med kgleforgreningsrgr
Se medfglgende installationsvejledning med supplerende oplysninger om
installation af forgreningsrar.
= Montér samleleddet, sa det forgrener enten vandret eller lodret.
= Montér samlergret, sa det forgrener vandret.

A [=C=0 1
T

f'—a

7

a Horisontal overflade
b Samleled monteret lodret
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¢ Samleled monteret vandret
d Samlergr
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18.3

Rerdetaljer i tilfeelde af udskiftning

BEMZRK
Kontrollér, at brugsstedsindstillingen [2-49] "Ny installation eller installation ved

udskiftning" er indstillet korrekt.

Pa grund af antaendelighed pa R32 kraever udskiftning af et VRV IV (R410A) system
med denne enhed ogsa udskiftning af indendgrsenhederne og styreenhederne (se
"16 Seerlige krav til R32 enheder" [» 56]).

BEMZRK
Hvis der findes en RA DX enhed (luftbehandlingsenhed i bolig), SKAL den udskiftes

med en VRV DX enhed med samme kapacitet.

¢

Ll

T

Udskift:
Varmepumpe udendgrsenhed
VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
¢ Fjernbetjening
Genanvend:
— Kolergr
m==== Ledning

T o

Generel info om R410A rgr
Denne enhed kan erstatte VRV IV systemer, der anvender R410A kglemiddel. Skift
til R32 kraever &endringer af eksisterende rgr:

= R410A rgr er normalt stgrre end R32 rgr, sa der kan veere problemer med at
forbinde dem. Brug reduktionsdele eller ekspandere efter behov.

BEMARK

Kontrollér stgrrelsen pa rgr til enheden og stgrrelsen pa rgr pa brugsstedet for at
finde ud af, hvilke forskruninger der skal anvendes.

= Rgr renhed: Renggr eksisterende rgr om ngdvendigt for at fjerne rester af R410A
olie, fgr systemet kgres med R32.

BEMARK
Renggring eller udskiftning af luftbehandlingsenheders varmevekslere er obligatorisk,
nar luftbehandlingsenheder genanvendes.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Krav til renggring af rgr pa brugsstedet

Hvis enheden anvendes som en erstatning for en anden enhed, skal man anvende
felgende flowdiagram for at kontrollere, om de eksisterende rgr kan genanvendes,
og om der skal foretages yderligere:

( Sadan kontrollerer man, om rengering af genanvendte ror er pakravet )

Samlet leengde < 35 meter?

NEJ

Enhed i drift (keling)?

JA NEJ

NEJ

Samlet leengde < 43 meter?

JA

JA

Er A <205,5?

A4

Lad enheden kgre i 30 minutter med kaling med maks.
antal indendgrsenheder slaet TIL, hgjeste indendgrs
bleeserhastighed og laveste kontrolpunkt.

Y + A A4

4
< Ingen rengering af genanvendte rgr pakreevet > < Rengering(*) af rgr pa brugsstedet er pakraevet >

* Hvis ikke det er muligt at renggre rgrene pa brugsstedet, skal de udskiftes helt eller delvist for at leve op til kravene i

flowdiagrammet (se eksemplet nedenfor).
A/B Brug formlerne nedenfor til beregning af koefficient A eller B.

Formler
A=[(X,x022,2%5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%x3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X:x$9,5%2,15)]
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X;x@9,5x3,42)]

X, s Total leengde [m] pa gasrer ved stprrelse @a
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Eksempel
VRV DX

B-1 B-2

i

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [3-3][34]

1 Udendgrsenhed

2 Szt med kgleforgreningsrgr
3-1~3-4 VRV DX indendgrsenheder

A Rgrfgring mellem udendgrsenhed og (fgrste) seet med kgleforgreningsror
B-1,B-2 Rgrfgring mellem szt med kgleforgreningsrgr
C-1~C-4 Rgrfgring mellem saet med kgleforgreningsrgr og indendgrsenhed

Enheden kan ikke anvendes ved dette eksempel, sa koefficient 'B' beregnes, i
henhold til flowdiagrammet: B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+
(X,x@15,9%4,3)+(X,x@12,7x3,34)+(X.x@9,5x3,42)]

Ved dette eksempel er leengder og diametre som fglger, hvor 'B' beregnes for hvert

rer:

Genanvendt rgr Gasrgr diameter Gasrgr lengde Formel Verdi B
A 19,1 mm 10m 10 m x 5,84 58,40

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx3,34 50,10

Cc-3 12,7 mm 10m 10m x 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Total 65m 251,70

Total B >205,5 > renggring af rgr er pdkraevet.

| tilfeelde af, at det er umuligt at renggre rgrene, vil det veere tilstraekkeligt at
udskifte gas- og vaeskergr i sektion 'A'.

Efter udskiftning af 'A' sektionens rgr med nye, vil koefficient 'B' veere:

Genanvendt rgr Gasrgr diameter Gasrgr lengde Formel Vardi B
A 191 mm 10w 10-mx584 58,40
(fiern A fra beregning)
B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70
Total 55m 193,3

Total B < 205,5 = renggring af rgr er IKKE pakraevet.
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18.4 Kontrol af kglergrene

18.4.1 Kontrol af kglergr

Er arbejdet med kalerarene Nej
afsluttet?
l Ja

Er indendgrsenhederne og/
eller udendgrsenheden
allerede teendt/ON?

Y

Feerdigger rerarbejdet

Nej

A4

Folg fremgangsmaden:
l Ja "Metode 1: Far stremforsyning
TIL (gaengs metode)"

Folg fremgangsmaden:
"Metode 2: Efter
stremforsyning TIL"

Det er meget vigtigt, at alt rerfgringsarbejde er afsluttet, fgr enhederne (udendgrs
eller indendgrs) teendes. Nar enhederne er teendt, initialiseres
ekspansionsventilerne. Dette betyder, at ventilerne lukkes.

BEMARK
Nar ekspansionsventilerne pa brugsstedet er lukkede, kan man ikke laekageteste og

foretage vakuumtgrring af rgrene pa brugsstedet og af indendgrsenheder.

Metode 1: Fgr stromforsyning TIL

Hvis systemet endnu ikke er blevet teendt, er det ikke ngdvendigt at ggre noget
specielt for at udfgre laekagetesten og vakuumtgrringen.

Metode 2: Efter stremforsyning TIL

Hvis systemet allerede er blevet taendt, aktiveres indstillingen [2-21] (se
"22.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 125]). Denne indstilling vil abne
ekspansionsventilerne pa brugsstedet og sikre gennemlgb af kglemiddel, hvorved
man kan foretage leekagetest og vakuumtgrring.

é FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

BEMARK

Kontrollér, at alle indendgrsenheder tilsluttet udendgrsenheden er taendt.

BEMZERK
Vent med indstilling [2-21], indtil udend@rsenheden har afsluttet initialiseringen.

= ©

Lekagetest og vakuumtgrring

Tilslutning af kglergr omfatter:
= Kontrol for laekage pa kglergrene.
= Vakuumtgrring for at fjerne al fugt, luft eller kvaelstof i kglergrene.

Hvis der er risiko for fugt i kglergrene (eksempelvis indtraengning af vand i rgrene),
skal du vakuumtgrre som beskrevet nedenfor, indtil al fugt er fjernet.

Alle rgr inde i enheden er lekagetestet fra fabrikken.
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Det er kun kglergr installeret pa brugsstedet, der skal kontrolleres. Kontrollér
derfor, at alle udendgrsenhedens spaerreventiler er helt lukkede, fgr du foretager
lzekagetest eller vakuumtgrring.

BEMARK

Kontrollér, at alle ventiler (medfglger ikke) i rgrene pa brugsstedet er ABNE (ikke
udendgrsenhedens speaerreventiler!), fgr du pabegynder laekagetest og udsugning.

For yderligere information om ventilernes tilstand henvises til "18.4.3 Kontrol af
kglergr: Indstilling" [» 95].

18.4.2 Kontrol af kglergr: Generelle retningslinjer

Forbind vakuumpumpen via en manifold med servicedbningen pa alle
sperreventiler for at gge effektiviteten (se "18.4.3 Kontrol af koglergr:
Indstilling" [» 95]).

BEMZRK
Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil eller en magnetventil, der kan

udsuge op til et manometertryk pa —100,7 kPa (-1,007 bar).

BEMARK

Sgrg for, at pumpeolie ikke flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift.

BEMARK

Foretag IKKE udluftning med brug af kglemiddel. Brug en vakuumpumpe til at tamme
installationen.

®
®

18.4.3 Kontrol af kglergr: Indstilling

a Trykreduktionsventil

b Kvelstof

c Veegtskale

d Beholder til kplemiddel R32 (system med haevert)

e Vakuumpumpe

f Spearreventil vaeskeledning

g Sperreventil gasledning

A Ventil A

B Ventil B

C Ventil C

Ventil Status
Ventil A Abn
Ventil B Abn
Ventil C Abn
Spaerreventil vaeskeledning Luk
Spaerreventil gasledning Luk
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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BEMZRK
Indendgrsenhederne skal ogsa laekage- og vakuumtestes. Hold ligeledes alle

eventuelle ventiler (medfglger ikke) abne i rgrfgringen pa brugsstedet.

18.4.4 Udfgrelse af leekagetest

Vakuumlzakagetest

1 Udluft systemet fra veeske- og gasrgrene til et manometertryk pa —100,7 kPa
(—1,007 bar) i mere end 2 timer.

2 Nar veerdien er naet, skal du slukke vakuumpumpen og kontrollere, at trykket
ikke stiger i mindst 1 minut.

3 Hvis trykket stiger, kan der veere fugt i systemet (se vakuumtgrring nedenfor)
eller lekage.

Laekagetest under tryk

1 Fjern undertrykket ved at lave tryk med kveaelstofgas op til et minimum
manometertryk pa 0,2 MPa (2 bar). Manometertrykket ma aldrig vaere hgjere
end det maksimale driftstryk pa enheden, det vil sige 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Test for laekage ved at pafgre en testvaeske, der kan boble, ved alle
rerforbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

BEMZERK
Brug ALTID en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din forhandler.

Brug ALDRIG szbevand:

= Sebevand kan medfgre, at komponenter revner, eksempelvis brystmgtrikker
eller speerreventil-kapper.

= Saebevand kan indeholde salt, der absorberer fugt, som fryser, nar rgrene bliver
kolde.

= Saebevand indeholder ammoniak, som kan medfgre korrosion pa kravesamlinger
(mellem brystmgtrikken af messing og kobberkraven).

Kontrol for l=kage efter pafyldning af kglemiddel

Efter pafyldning af kglemiddel i systemet skal der foretages yderligere en
lekagetest. Se "19.8 Kontrol af rgrsamlinger for laekage efter pafyldning af
kelemiddel" [» 104].

18.4.5 Vakuumtgrring

BEMZRK
Forbindelserne til indendgrsenhederne og alle indendgrsenheder skal ogsa laekage-

og vakuumtestes. Hold pa brugsstedet ligeledes alle ventiler (medfglger ikke) til
indendgrsenheden abne.

Lekagetest og vakuumtgrring bgr udfgres, fgr strgmforsyningen til enheden slas til.
Hvis ikke, se "18.4.1 Kontrol af kglergr" [» 94] med yderligere information.

Ga frem som beskrevet nedenfor for at fjerne al fugt fra systemet:

1 Udluft systemet i mindst to timer til et target-vakuum pa -100,7 kPa
(—1.007 bar) (5 Torr absolut).

2 Kontrollér, at target-vakuum opretholdes i mindst en time, med slukket
vakuumpumpe.
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3 Hvis ikke target-vakuum nas inden for 2 timer, eller hvis ikke der kan

opretholdes vakuum i en time, kan der vaere for meget fugt i systemet. | dette
tilfeelde skal du fjerne vakuum ved at opbygge tryk med kveelstofgas til et
manometertryk pa 0,05 MPa (0,5 bar) og gentage trin 1 til 3, indtil al fugt er
fiernet.

Afhaengigt af om du gnsker at pafylde kglemiddel med det samme eller fgrst
pafylde noget kglemiddel via vaesketilfgrslen, skal du enten abne
udendgrsenhedens spaerreventiler eller holde dem lukket. Se "19.5 Pafyldning
af kglemiddel" [» 102] for yderligere oplysninger.

° INFORMATION
l Efter abning af spaerreventilen er det muligt, at trykket i kglergrene IKKE stiger. Dette

kan f.eks. skyldes, at ekspansionsventilen er lukket i udendgrsenhedens kredslgb,
men det udggr IKKE noget problem for korrekt drift af enheden.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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19 Pafyldning af kglemiddel

| dette afsnit

19.1  Forholdsregler ved pafyldning af K@lemiddel ... 98
19.2  Om pafyldning af kglemiddel
19.3  Om kglemiddel
19.4  Bestemmelse af ekstra maengde kglemiddel
19.5  Pafyldning af kglemiddel
19.6  Fejlkoder ved pafyldning af kelemiddel

19.7  Paseetning af maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning af fluor-....
19.8  Kontrol af rgrsamlinger for laeekage efter pafyldning af kglemiddel
19.9  Isolering af kglergr

19.1 Forholdsregler ved pafyldning af kglemiddel

INFORMATION

°
l Laes ogsa forholdsreglerne og kravene i fglgende kapitler:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

® Forberedelse

ADVARSEL
= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan medfgre eksplosion og brand.

*= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi for globalt
opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser trenge ud i
atmosfaeren.

* Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved pafyldning af
kglemiddel.

BEMARK

Hvis strgmforsyningen til nogle af enhederne er afbrudt, kan pafyldning ikke afsluttes
korrekt.

BEMARK

Sla strgmmen TIL mindst 6 timer fgr driftsstart for at lede strgm til opvarmningen af
krumtaphuset og for at beskytte kompressoren.

BEMARK

Hvis der pafyldes inden for 12 minutter efter, at indendgrs- og udendgrsenheden (-
enhederne) er blevet teendt, starter kompressoren ikke, fgr kommunikationen er
korrekt etableret mellem udendgrsenheden (-enhederne) og indendgrsenheden (-
enhederne).

BEMARK

Fgr man starter pafyldningen, skal man kontrollere, om visningen pa 7-segment
displayet pa udendgrsenhedens A1P printkort er normal (se "22.1.4 Adgang til
tilstand 1 eller 2" [» 125]). Hvis der findes en fejlkode, se "26.3 Lgsning af problemer
baseret pa fejlkoder" [» 147].

BEMARK

Kontrollér, at tilsluttede indendgrsenhed (-enheder) er registreret (se indstilling
[1-10]i"22.1.7 Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger" [» 127]).

© O 0O 0 -
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19 | Pafyldning af kglemiddel

BEMZRK
Luk frontpanelet, fgr der pafyldes kglemiddel. Hvis ikke frontpanelet er sat pa, kan

enheden ikke foretage en korrekt bedgmmelse af, om den kgrer korrekt eller ej.

BEMZRK
| tilfelde af vedligeholdelse, og hvis systemet (udendgrsenhed+rgr pa

brugsstedet+indendgrsenhed (-enheder)) ikke leengere indeholder kglemiddel
(eksempelvis efter genvinding), skal enheden pafyldes den oprindelige maengde
kglemiddel (se fabriksskiltet pa enheden) og den beregnede ekstra mangde
kglemiddel.

BEMARK
= Sgrg for at undga sammenblanding af forskellige typer af kglemiddel, nar der

anvendes pafyldningsudstyr.

= Pafyldningsslanger eller -forbindelser skal vaere sa korte som muligt for at
minimere maengden af kglemiddel i dem.

= Beholdere skal holdes i en passende position i henhold til anvisningerne.

= Sgrg for, at kglesystemet er jordforbundet, fgr det fyldes med kglemiddel. Se
"20.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden" [» 112].

= Seet en meerkat pa systemet, nar pafyldningen er afsluttet.

® Man skal passe pa ikke at overfylde kglesystemet.

BEMZRK
For systemet fyldes, skal det tryktestes med en passende gastype. Systemet skal

lekagetestes efter endt pafyldning, men fgr ibrugtagning. Der skal foretages endnu
en leekagetest, fgr stedet forlades.

19.2 Om pafyldning af kglemiddel

Udendgrsenheden er pafyldt med kglemiddel fra fabrikken, og afhaengigt af rgr pa
brugsstedet kraever nogle systemer yderligere pafyldning af kglemiddel.

For pafyldning af kglemiddel

Udendgrsenhedens udvendige kglergr er blevet kontrolleret (leekagetest,
vakuumtgrring).

Typisk arbejdsgang

Pafyldning af ekstra kglemiddel bestar typisk af fglgende trin:
1 Bestem, hvor meget ekstra kglemiddel, der skal pafyldes.
2 Pafyldning af ekstra kglemiddel (forud og/eller pafyldning).

3 Udfyld maerkaten med information om drivhusgasser med tilsaetning af fluor,
og fastggr den pa indersiden af udendgrsenheden.

19.3 Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i
atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675
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19 | Pafyldning af kelemiddel

Periodisk inspektion af kglemiddellekage kan veere pakraevet afhaengigt af
geeldende lovgivning. Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

f’f AL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er svagt antaendeligt.

ADVARSEL
= Kglemidlet i enheden er svagt antaendeligt, men laeekage forekommer normalt

IKKE. Hvis kglemidlet leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
braender, et varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand eller dannelse
af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt
den forhandler, hvor du kgbte enheden.

® Tag IKKE enheden i brug igen, f@gr en installatgr er faerdig med at reparere den
del, hvor kglemidlet laekker.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antendelseskilder (eksempelvis:

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).

ADVARSEL

= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har veeret i kontakt med
kglemidlet.

* Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at ggre afrimningen
hurtigere en dem, der anbefales af producenten.

= Vaer opmeerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

BEMARK
Galdende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser krzever, at maengden af pafyldt
kglemiddel pa enheden angives i bade vaegt og CO,-akvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-ekvivalente ton: GWP-veardi af kglemidlet x
total kglemiddelpafyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.
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19 | Pafyldning af kglemiddel

19.4 Bestemmelse af ekstra meengde kglemiddel

ADVARSEL
Den samlede maksimalt tilladte maengde kglemiddel bestemmes pa basis af det

mindste rum, hvor systemet anvendes.

Se "16.2 Krav til systemopbygning" [» 56] for at bestemme den samlede maksimalt
tilladte maengde kglemiddel.

INFORMATION

Se ved udskiftning oprindelige projektinstallationsdetaljer med information om
lengde og diameter pa vaeskergr (VRV Xpress).

i @

INFORMATION

Kontakt forhandleren vedrgrende testet justering af slutpafyldning.

i @

INFORMATION

Notér den maengde ekstra kglemiddel, der beregnes her, pa kglemiddel-maerkaten til
senere brug. Se "19.7 Pasaetning af maerkat med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor" [» 104].

i @

Formel:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Ekstra kplemiddel, som skal pafyldes [kg] (rundet op til fgrste decimal)
X, , Totallengde [m] pa veaeskergr ved storrelse Pa

Metrisk rgr. Nar der anvendes metrisk rgr, skal man anvende fglgende tabel
vedrgrende de veegtfaktorer, der skal anvendes:

Rogr i tommer Metrisk ror
Rer Vaegtfaktor Rer Vagtfaktor
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
?9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

Krav til forbindelsesforhold. Ved valg af indendgrsenheder skal
forbindelsesforholdet overholde fglgende krav. Se de tekniske data for yderligere
information.

Andre kombinationer end dem, der er angivet i tabellen, er ikke tilladt.

Indendgrsen-| Maksimalt antal Total CR® CR pr. type®
heder indendgrsenhe- VRV DX AHU
der
Kun VRV DX 64 50~130% 50~130% —
VRV DX + 64 50~110% 50~110% 0~60%
AHU
(kombineret)
Kun AHU 64 75'9~110% — 759~110%
(par+multi)

(a

) Total CR = Samlet kapacitet indendgrsenhed, forbindelsesforhold

) CR pr. type = Tilladt kapacitetsforhold pr. type indendgrsenhed

! Der kan galde yderligere begraensninger for forbindelsesforhold under 75% (65~110%). Se
EKEA+EKEXVA vejledningen.

(®

(c

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
VRV 5-S system klimaanlzeg 101
4P848372-1A - 2026.07



https://vrvxpress.daikin.eu/

19 | Pafyldning af kelemiddel
19.5 Pafyldning af kelemiddel

For at kunne efterfylde kglemiddel hurtigere anbefales det i store systemer fgrst at
pafylde noget af kglemidlet via vaesketilfgrslen, fgr man foretager manuel
efterfyldning. Man kan undlade dette trin, men sa vil pafyldningen tage leengere
tid.

Pafyldning af kelemiddel forud

Pafyldning forud kan ske, uden at kompressoren kgrer, ved at tilslutte beholderen
med kglemiddel til serviceabningen pa vaeskespaerreventilen.

1 Tilslut som vist. Kontrollér, at alle udendgrsenhedens spaerreventiler samt
ventilen A er lukkede.

Trykreduktionsventil

Kveaelstof

Vaegtskale

Beholder til kglemiddel R32 (system med haevert)
Vakuumpumpe

Speerreventil vaeskeledning

Speerreventil gasledning

Ventil A

Ventil B

Ventil C

OW>PmR ~0® 20 TQ

2 Abnventilerne C og B.

3 Fyld enheden, indtil den beregnede ekstra maengde kglemiddel er naet, eller
indtil der ikke laengere kan pafyldes, og luk sa ventilerne C og B.

4 Ggr et af fglgende:

Hvis Sa

Den beregnede ekstra mangde Afbryd manifolden fra veeskergret.

kglemiddel er naet Du behgver ikke at fglge anvisninger

under "Pafyldning af kglemiddel
(manuelt)".

For meget kglemiddel er pafyldt Udtgm kglemiddel.
Afbryd manifolden fra vaeskergret.

Du behgver ikke at fglge anvisninger
under "Pafyldning af kglemiddel
(manuelt)".

Den beregnede ekstra maengde Afbryd manifolden fra veeskergret.

kglemiddel er endnu ikke naet Fortseet ved at fglge anvisninger

under "Pafyldning af kglemiddel
(manuelt)".

Pafyldning af kglemiddel (manuelt)

Den resterende mangde ekstra kglemiddel kan pafyldes ved at lade
udendgrsenheden kgre i tilstanden med manuel pafyldning af kglemiddel.
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5 Tilslut som vist. Kontrollér, at ventilen A er lukket.

[T

i
|
|
|
|
N
=
2]
"
Bn
° |
e

Vaegtskale

Beholder til kglemiddel R32 (system med haevert)
Vakuumpumpe

Abning til pafyldning af kglemiddel (varmeveksler)
Abning til pafyldning af kglemiddel (indsugning)
Ventil A

BEMZRK
Abningen til pafyldning af kelemiddel er tilsluttet rgrene inde i enheden. Rgrene inde

i enheden er pafyldt kglemiddel fra fabrikken, sa veer forsigtig, nar du tilslutter
pafyldningsslangen.

a
b
c
d
e
A

6 Abn alle udendgrsenhedens spaerreventiler. P4 dette tidspunkt skal ventil A
forblive lukket!

7 Treef alle forholdsregler naevnt under "22 Konfiguration" [r 122] og
"23 Ibrugtagning" [» 139].

8 Sld strgmforsyningen til pad indendgrsenheden (-enhederne) og pa
udendgrsenheden.

9 Aktivér indstillingen [2-20] for at starte manuel pafyldning af ekstra
kglemiddel. For detaljer, se "22.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger" [» 129].

Resultat: Enheden starter.

INFORMATION

o

l Manuel pafyldning standses automatisk inden for 30 minutter. Hvis ikke pafyldningen
er afsluttet efter 30 minutter, skal man gennemfgre pafyldning af ekstra kglemiddel
igen.

INFORMATION

= Hvis der registreres en driftsfejl i forbindelse med efterfyldningen (eksempelvis
en lukket speaerreventil), vises en fejlkode. Se "19.6 Fejlkoder ved pafyldning af
kplemiddel" [» 104] i dette tilfeelde, og ret fejlen i overensstemmelse hermed.
Man kan nulstille fejlen ved at trykke pa BS3. Pabegynd pafyldning igen.

i @

= Man kan forlade manuel pafyldning af kglemiddel ved at trykke pa BS3. Enheden
standser og gar tilbage til udgangstilstand.

10 Abn ventil A.

11 Fyld enheden, indtil den beregnede ekstra maengde kglemiddel er tilfgjet, og
luk sa ventil A.

12 Tryk pa BS3 for at standse manuel pafyldning af ekstra kglemiddel.

BEMZRK
Husk at abne alle spaerreventiler, nar kglemidlet er blevet pafyldt.

Hvis systemet er i drift med lukkede spaerreventiler, beskadiges kompressoren.
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BEMARK

Efter pafyldning af kglemiddel skal du huske at lukke daekslet over abningen til
pafyldning af kglemiddel. Tilspaendingsmomentet for deekslet er 11,5 til 13,9 Nem.

19.6 Fejlkoder ved pafyldning af kglemiddel

INFORMATION

Hvis der forekommer fejl, vises fejlkoden pa udendgrsenhedens 7-segment-display
og pa brugerinterfacet pa indendgrsenheden.

i

Hvis der forekommer en driftsfejl, skal du lukke ventil A med det samme. Bekraeft

fejlkoden og foretag relevant handling, "26.3 Lgsning af problemer baseret pa
fejlkoder" [» 147].

19.7 Pasaetning af maerkat med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor

1 Merkaten udfyldes som fglger:
Contains i gases a

o Jo—+

————— GWP: XXX

ol TJo
) -
I] 9 90+0- kg ———d
3 e = tC0.eq1— e
a

Hvis der medfglger en maerkat med information om drivhusgasser med tilseetning
af fluor skrevet pa flere sprog (se tilbehgr), skal man tage delen med det relevante
sprog og saette den pa for oven ved a.

Fabrikkens pafyldning af kglemiddel: se fabriksskiltet pa enheden

Ekstra maengde pafyldt kglemiddel

Totalt pafyldte meengde kglemiddel

Mangde udledninger af drivhusgasser med tilsaetning af fluor ud af den totale
kglemiddelpafyldning udtrykt som tons CO,-akvivalent.

GWP = Globalt opvarmningspotentiale

BEMARK
Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med tilseetning af fluor kraever, at

den pafyldte maengde pa enheden er angivet bade i veegt og CO, &kvivalent.

Do n T

-

Formel til beregning af maengden i CO, aekvivalente tons: GWP verdi for
kglemiddel x samlet maengde pafyldt kglemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kglemiddel-markaten.

2 Set meerkaten pa indersiden af udendgrsenheden. Der er plads til den pa
ledningsdiagrammet.

19.8 Kontrol af rgrsamlinger for laekage efter pafyldning af kelemiddel

Tathedskontrol pa indendgrs kglemiddel-forbindelser pa brugsstedet

1 Brugen lekagetestmetode med en minimum fglsomhed pa 5 g kplemiddel/ar.
Kontrollér for uteetheder ved et tryk pa mindst 0,25 gange maksimalt
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt).
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Hvis der registreres leekage

1

2
3
4

Aftap kglemidlet, reparér samlingen, og gentag testen.
Foretag en lekagetest, se "18.4.4 Udfgrelse af leekagetest" [» 96].
Pafyld kglemiddel.

Kontrollér for kalemiddellaekage efter pafyldning (se ovenfor).

19.9 Isolering af kglergr

Efter endt pafyldning skal rgrene isoleres. Sgrg for at overholde disse punkter:

= Sgrg for at isolere rgrtilslutninger og kgleforgreningsrgr grundigt.

= |solér veeske- og gasrgr (til alle enheder).

= Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tale en temperatur pa 70°C, til
vaeskergr og polyetylenskum, som kan tale en temperatur pa 120°C, til gasrgr.

= Montér ekstra isoleringsmateriale pa kglergrene afhaengigt af betingelserne pa

brugsstedet.
Omgivende temperatur Fugtighed Minimum tykkelse
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm
luftfugtighed
>30°C >80% relativ luftfugtighed 20 mm

Mellem udendgrs- og indendgrsenheder

BEMZERK
Det anbefales, at kglergrene mellem indendgrs- og udendgrsenheden installeres i en

kanal, eller at kglergrene omvikles med afslutningstape.

1

2

Isoler og fastger kglergrene og kablerne pa fglgende made:

a Gasrgr

b Gasrgrsisolering

¢ Forbindelsesledning

d Ledningsfgring pa stedet (hvis relevant)
e Vaskergr

f Vaeskergrsisolering

g Montagetape

Monter servicedaekslet.

Indvendigt i udendgrsenheden

Ga frem pa fglgende made for at isolere kglergrene:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
4P848372-1A - 2026.07

| 4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug

105



19 | Pafyldning af kelemiddel

Foretag isolering af vaeske- og gasrgr.

2 Vikl varmeisolerende materiale omkring bgjningerne, og laeg herefter
vinyltape omkring (c, se ovenfor).

Sg¢rg for, at rgrene pa brugsstedet ikke bergrer kompressorens komponenter.
Man skal teetne isoleringen i enderne (taetningsmiddel osv.) (b, se ovenfor).

Man skal omvikle rgrene pa brugsstedet med vinyltape (d, se ovenfor) for at
beskytte dem mod skarpe kanter

6 Hvis udendgrsenheden er monteret over indendgrsenheden, skal man daekke
spaerreventilerne med teetningsmateriale for at hindre, at kondensvand pa
spaerreventilerne Igber imod indendgrsenheden.

BEMZRK
Enhver fritliggende del af rgrene kan medfgre kondensdannelse.

7 Set servicedakslet og indgangspladen til rgrene pa igen.

8 Luk alle spraekker, sa der ikke traenger sma dyr eller sne ind i systemet.

a Teetning

BEMARK
Undlad at blokere udluftningsabningerne. Dette kunne medfgre luftcirkulation inde i

enheden.

ADVARSEL
Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som

tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, r@g eller brand.
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20 El-installation

FORSIGTIG

Se "3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren" [» 14] for at kontrollere, at
installationen overholder alle sikkerhedsbestemmelser.

| dette afsnit

20.1  Om tilslutning af de elektriske IEANINGET .......c.oiiiiec ettt 107

20.1.1  Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger...
20.1.2  Om el-ledninger
20.1.3  Abning af forberedte huller
20.1.4  Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger

20.1.5  Om overholdelse af el-regulativer
20.1.6  Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfering
20.2  Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden
20.3  Tilslutning af eksterne oUtPULS.......ccccciiiiiiiisccccce
20.4  Tilslutning af veelgerkontakten for kgling/opvarmning .
20.5  Kontrol af isolationsmodstand pa kompressoren

20.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af de elektriske ledninger bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrollér, at strgmforsyningen passer med de elektriske specifikationer pa
enhederne.

Tilslutning af el-ledninger til udendgrsenheden.
Tilslutning af el-ledninger til indendgrsenheden.
Tilslutning af den primaere strgmforsyning.

20.1.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL

Ledninger og kabler SKAL installeres i henhold til nationale bestemmelser.

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL veere i
overensstemmelse med national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL veere i
overensstemmelse med relevant lovgivning.

ADVARSEL
Brug ALTID strgmforsyningskabler med flere ledere.

INFORMATION

Laes ogsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 8].

1B BPBPP
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ADVARSEL
* Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa denne, kan udstyret bryde

sammen.
= Byt IKKE om pa L- og N-fase ledninger, enheden beskadiges.

= Etablér korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr, en
overspandingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstaendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastggr de elektriske ledninger med kabelbindere, sa de IKKE kommer i kontakt
med rgrene eller skarpe kanter, iszer i hgjtrykssiden.

Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator, da denne enhed er udstyret
med en inverter. En fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfgre ulykker.

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

BEMARK

Afstanden mellem hgjspaendings- og lavspaendingskablerne skal vaere mindst 50 mm.

ADVARSEL

Forleeng IKKE strgmforsyningskablet eller forbindelsesledningen ved at bruge stik,
klemmer, ledninger med udtag eller forlaengerledninger.

> o P

De kan forarsage overophedning, elektrisk stgd eller brand.

20.1.2 Om el-ledninger

BEMZRK
= Sgrg for at holde strgmforsyningskablet og forbindelsesledningen adskilt.

Forbindelsesledningen og strgmforsyningskablet ma krydse hinanden, men de ma
IKKE Igbe parallelt.

= For at undga elektrisk interferens skal afstanden mellem disse ledninger ALTID
vaere mindst 50 mm.

Forbindelsesledninger uden for enheden skal omvikles og fgres sammen med
rgrene pd brugsstedet.

Forbindelsesledninger specifikation og graenser®

Se "20.1.6 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-
ledningsfgring" [» 112] vedrgrende krav til ledningsforbindelser

Maks. antal forgreninger ved kabelfgring enhed-til-enhed 9
Maksimal ledningslaengde 300 m
(afstand mellem udendgrsenhed og indendgrsenhed laengst

vaek)

Samlet ledningslaengde 600 m

(summen af afstanden mellem udendgrsenhed og alle
indendgrsenheder)

@ Hyis den samlede laengde pa forbindelsesledninger overskrider dette, kan det medfgre
kommunikationsfejl.

Efter en forbindelseslednings-forgrening er ingen yderligere forgrening tilladt.
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b1, b2, b3
cl, c2

Eksempel:

220-240 V
1~ 50 Hz

L0 e

Udendgrsenhed

Indendgrsenhed

Centralt brugerinterface (etc...)
Hovedlinje

Forgreningslinjer

Efter forgrening er ingen forgrening tilladt

o T o

F1/F2
P1/P2

\'
Y
d
e

20.1.3 Abning af forberedte huller

| 380-415 V : 220-240 V
' 3N~ 50 Hz ! 1~ 50 Hz
!
!
!
!
!
!
!
!
Y !
!
!
!
!

P1/P2
(16 V)

Il

Hovedafbryder

Jordforbindelse

Stregmforsyningsledning (inklusive jordledning) (EMC-afskaermet kabel)
Forbindelsesledning (EMC-afskaermet kabel)

Ledning til fjernbetjening

Udendgrsenhed (RXYSA4~6_V)

Udendgrsenhed (RXYSA4~6_Y)

Indendgrsenhed

Brugerinterface

®

BEMARK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de forberedte indgange:

Undga at beskadige kabinettet.

Nar man har lavet huller, anbefaler vi, at man fjerner grater og maler kanterne og
omraderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de forberedte kabelindgange, skal
man vikle tape omkring ledningerne for at undga beskadigelse.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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3
AN

20.1.4 Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger

BEMZRK
Vi anbefaler, at der anvendes faste (enkeltleder-) kabler. Hvis der anvendes snoede

ledere, skal man tvinde lederne for at stabilisere enden, enten til brug direkte i
terminalklemmen, eller til iseetning i en rund krympeterminal.

a Forberedt hul
b Grat
¢ Teetningsmiddel osv.

Forberedelse af ledninger med flertradede ledere til installation
Metode 1: Snoning af ledere
1 Afisolér ledningerne (20 mm).

2 Tvind enden af lederen en smule for at danne en "fast" forbindelse.

o
4

Metode 2: Brug af rund krympeterminal (anbefales)
1 Afisolér ledningerne, og tvind enden pa hver ledning en smule.

2 Installér en rund krympeterminal i enden af ledningen. Szt den runde
krympeterminal pa ledningen op til den dakkede del, og fastggr terminalen
med det korrekte vaerktg.

By 1)

Brug felgende metoder til installation af ledninger:

Ledningstype Installationsmetode

Enkeltlederkabel TT

Eller = . AA’
A& At e

Ledning med flertradet |

leder snoet til "fast" LI, a

forbindelse
a Snoet ledning (enkelt-leder eller flertradet snoet
leder)
b Skrue
¢ Flad skive

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Ledningstype Installationsmetode

Ledning med flertradet cb a be
leder med rund
krympeterminal

a Terminal
b Skrue
c Flad skive
+ Tilladt
X IKKE tilladt
Tilspaendingsmoment
| tilfeelde af RXYSA4~6_V:
Klemme Ledning Skruestgrrelse Tilspaendingsmo-
ment [Nem]
X1IM Strgmforsyningsledning M5 2,2~2,7
SVEO output M4 1,3~1,6
X2M Transmissionsledning M3,5 0,8~0,97
| tilfeelde af RXYSA4~6 Y:
Klemme Ledning Skruestgrrelse Tilspaendingsmo-
ment [Nem]
X1M Strgmforsyningsledning M5 2,0~3,0
SVEO output M4 1,2~1,8
X2M Transmissionsledning M3,5 0,8~0,97

20.1.5 Om overholdelse af el-regulativer

Dette udstyr overholder bestemmelserne i:

= EN/IEC 61000-3-12 forudsat, at kortslutnings-spaendingen S, er stgrre end eller
lig med S, pd grensefladepunktet mellem brugerens og den offentlige
strgmforsyning.

- EN/IEC 61000-3-12 = europeisk/international teknisk standard, der definerer
greenser for harmoniske strgmkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet
offentlige lavspaendings-systemer med en indgangsstrgm pa >16 A og <75 A pr.
fase.

- Det er installatgrens eller brugerens ansvar at sikre sig, om ngdvendigt ved at
sperge elforsyningsselskabet, at udstyret KUN tilsluttes en strgmforsyning med
en kortslutnings-spaending S., der er hgjere end eller lig med mindste S,

veaerdien.
Model Minimum S, veerdi
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSAS5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA
\%rlsgfi/iz:géﬁmaamag P DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering Oin
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20.1.6 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfgring

Komponent RXYSA*_V RXYSA*_Y
Strgmforsyningska | MCA® 27,0A 13,6 A
el Speending 220-240 V 380-415V

Fase 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz

Ledningsdime
nsion

SKAL leve op til kravene i nationale
bestemmelser.

3-leder kabel 5-leder kabel

Ledningsdimension baseret pa strgmstyrke,
men ikke under:

4,0 mm? 2,5 mm?

Kabel til indbyrdes |Spaending

220-240V

forbindelse
(indendgrs <>
udendgrs)

Ledningsdime
nsion

Brug kun godkendte ledninger med dobbelt
isolering, der er dimensioneret til den
anvendte spaending.

2-leder kabel
0,75-1,5 mm?

Anbefalet sikring pa brugssted

32 A, Ckurve 16 A, C kurve

Fejlstreamsafbryder / gaengs
strgmstyret afbryder

| strgmforsyningsforbindelsen skal der ALTID
installeres en gaengs strgmstyret afbryder
med gjeblikkelig aktivering. Den installerede
strgmstyrede afbryder skal veere i
overensstemmelse med kravene i nationale
bestemmelser.

@ MCA=Minimum ampere for kredslgh. De angivne vaerdier er maksimumvaerdier (se
elektriske data for kombination med indendgrsenheder for ngjagtige vaerdier).

20.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden

ADVARSEL
Forlaeng IKKE strgmforsyningskablet eller forbindelsesledningen ved at bruge stik,

klemmer, ledninger med udtag eller forlaengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk stgd eller brand.

FORSIGTIG
* Tilslutning af strgmforsyningen: Tilslut jordforbindelsen, fgr du tilslutter de

strgmfgrende forbindelser.

= Ved afbrydelse af strgmforsyningen: Afbryd de strgmfgrende ledninger, fgr du

afbryder jordforbindelsen.

= Leengden pa lederne mellem strgmforsyningskablets binder og selve klemraekken
SKAL veere sadan, at de spaendingsfgrende ledere strammes f@r jordlederen, hvis
strgmforsyningskablet traekkes fri af kabelbinderen.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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BEMZRK
* Fglg ledningsdiagrammet (leveres med enheden, sidder pa indersiden af

servicedaekslet).
* Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at servicedakslet kan saettes
korrekt pa.

1 Fjern servicedaekslet. Se "17.2.2 Sadan abnes udendgrsenheden" [» 72].

2 Afisoler ledningerne (20 mm).
S jﬁ/b
v X

a Afisoler ledningsenden til dette punkt
b For lang afisolering kan forarsage elektrisk stgd eller overgang

3 Tilslut forbindelsesledningen pa fglgende made:

V1 Y1
A Xam X2M
A ololo olalolo
| Tolno | A | [tomn] | Tooutn

a Forbindelsesledning (se "20.1.6 Specifikationer vedrgrende komponenter til
standard-ledningsfgring" [» 112] vedrgrende krav til ledningsforbindelser)

b Klemraekke (medfglger ikke)

¢ Afskermet kabel

BEMARK
= Brug afskeermede ledere til forbindelsesledningen.

= Y1 kun: Tilslut jordlederen (a) til terminalens stgtteramme X2M.

[ [ [ R et e
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4 Tilslut strgmforsyningen pa fglgende made:

V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

a Fejlstrgmsafbryder
Sikring
¢ Stregmforsyningskabel (se "20.1.6 Specifikationer vedrgrende komponenter til
standard-ledningsfgring" [» 112] vedrgrende krav til ledningsforbindelser)
5 Fastggr kablerne (stremforsyning og kabler til indbyrdes forbindelse) med en
kabelklemme til spaerreventilens monteringsplade, og fgr ledningerne som vist

nedenfor.

a Forbindelsesledning
b Strgmforsyningskabel
¢ Kabelklemme (medfglger ikke, maks. anbefalet bredde 5 mm)

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 'DA’K’N RXYSA4~6B7V/Y1B
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ADVARSEL
Man ma IKKE afisolere yderkablet laengere end til fastggrelsespunktet pa

speerreventilens monteringsplade.
) @ i

a Forbindelsesledning
b Strgmforsyningskabel

7 Lav de valgte forberedte huller ved at banke pa monteringspunkterne med en
keaervskruetraekker og en hammer.

8 Seet kabelbeskyttelse i det forberedte hul:

= Vi anbefaler, at man anvender en PG kabelgennemfgring i det forberedte
hul.

= Nar du ikke bruger en kabelgennemfgring, skal du sgrge for at beskytte
ledningerne med vinylrgr for at forhindre kanten af det forberedte hul i at
skeere i ledningerne:

Inde i udendgrsenheden
Uden for udendgrsenheden
Kabel

B@sning

Magtrik

Ramme

e Slange

9 Fgr kablerne ud af enheden.

OnTOLO P>
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ADVARSEL
Undga skarpe kanter, nar kablerne fgres bagud. Fgr kablerne gennem venstre side af

akkumulatorens bund, nar de ledes gennem passagen:

74
1O ° 44

10 Seet servicedakslet pa igen. Se "17.2.3 Sadan lukkes
udendgrsenheden" [» 73].

11 Tilslut en fejlstrgmsafbryder og en sikring i strgmforsyningslinjen som
specificeret i "20.1.6 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-
ledningsfgring" [» 112].

20.3 Tilslutning af eksterne outputs

SVS output

SVS output er en kontakt pa terminal X2M, som lukker, hvis der detekteres en
l=kage, fejl eller afbrydelse pa R32 sensoren (placeret i indendgrsenheden).

BLU [Pk [BL famT] [ ]

[ Jo]
e
% F2 112

N
a SVSoutput-terminaler (1 og 2)

b Kabel til SVS output-enhed
SVS forbindelse krav

Spaending <40 VDC

Maks. strgmstyrke 0,025 A

Ledningsdimension Brug kun godkendte ledninger med dobbelt isolering,
der er dimensioneret til 220~240 V
2-leder kabel
Minimum kabelstgrrelse pa 0,75 mm?

Polaritet Terminal 1 +
Terminal 2 -

Der skal anvendes en overspaendingsafleder for at beskytte det interne kredslgb i
udendgrsenhedens printkort (f.eks. en separat overspaendingsafleder-diode eller et
relee med en indbygget overspaendingsafleder-diode).

Eksempel:

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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X2M b; "aavoe 240 VAC

B ET R

SVS output-terminal

DC strgmforsyning

Relae
Overspaendingsafleder-diode
AC strgmforsyning

Ekstern alarm

&)

-0 Q n T OQ

SVEO output

SVEO output er en kontakt pa terminal X1IM, som lukker, hvis der forekommer
generelle fejl. Se "10.1 Fejlkoder: Overblik" [» 42] og "26.3.1 Fejlkoder:
Overblik" [» 148] for fejl, der aktiverer dette output.

SVEO forbindelse krav
Spaending 220~240V AC
Maks. strgmstyrke 0,5A
Ledningsdimension Brug kun godkendte ledninger med dobbelt isolering,
der er dimensioneret til den anvendte spaending
2-leder kabel
Minimum kabelstgrrelse pa 0,75 mm?

Til SVEO forbindelsen anbefales det at bruge et afskeermet kabel.
Kabelafskeermningen skal veere jordet ved det markerede jordingspunkt, der findes
pad terminalens stgtteramme.

T8 [

ofofofo

M
[®)

7
.:_i oflofofo|o
a Jordingspunkt

pim oy s [
SFL)—_[)
‘—c
b Kabelafskeermning

¢ Kabel til SVEO output-enhed

o=

INFORMATION

Se oplysninger om lyddata for kglemiddellzekage-alarmen i databladet med tekniske
data vedr. brugerinterfacet. F.eks. danner BRC1H52* styreenheden en alarm pa
65 dB (lydtryk, malt i en afstand pa 1 m fra alarmen).

i @

20.4 Tilslutning af vaelgerkontakten for kgling/opvarmning

For at styre kgling eller opvarmning fra et centralt sted kan fglgende ekstra
vaelgerkontakt for kgling/opvarmning (KRC19-26A) tilsluttes:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S system klimaanlzeg
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1 Fjern monteringsskruen fra terminalens monteringsplade.
2 Du skal dreje terminalens monteringsplade for at fa adgang til den anden side
af pladen.
\
\
|
3

1[® > A
X3M 2[@ > % KRC19-26A
3[@ c

L A

X3M Terminal pa enheden
KRC19-26A Valgerkontakt for kgling/opvarmning

4 Drejterminalens monteringsplade tilbage, og montér skruen.
5 Fastggr alle kabler med kabelbindere.

L)

I T _1‘\ J—\[{ ‘ }
=2 - -

a Kabel til kontakt til kgle-/varmevaelger
b Kabelklemme

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 'DA’K’N RXYSA4~6B7V/Y1B
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6 SI& DIP-omskifteren TIL (DS1-1). Se "22.1.3 Komponenter il
brugsstedsindstilling" [» 124] med yderligere oplysninger om DIP-omskifteren.

LT

DS1 DIP-omskifter 1

20.5 Kontrol af isolationsmodstand pa kompressoren

BEMZERK
Hvis der efter installationen akkumuleres kglemiddel i kompressoren, kan

isolationsmodstanden over polerne falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen
sikret mod nedbrud.

= Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.

® Brug IKKE en mega-tester til lavspaendingskreds|gb.

1 Malisolationsmodstanden over polerne.

Hvis Sa
>1 MQ Isolationsmodstanden er ok. Proceduren er faerdig.
<1 MQ Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til naeste trin.

2 Tend for strgmmen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat: Kompressoren varmes op, og al kglemiddel i kompressoren
fordamper.

3 Malisolationsmodstanden igen.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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21 Feerdigggrelse af installation af
udendgrsenheden

21.1 Isolering af kglergr

Efter endt pafyldning skal rgrene isoleres. Sgrg for at overholde disse punkter:
= Sgrg for at isolere rgrtilslutninger og kgleforgreningsrgr grundigt.
= |solér vaeske- og gasrgr (til alle enheder).

= Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tale en temperatur pa 70°C, til
vaeskergr og polyetylenskum, som kan tale en temperatur pa 120°C, til gasrgr.

= Montér ekstra isoleringsmateriale pa kglergrene afhaengigt af betingelserne pa

brugsstedet.
Omgivende temperatur Fugtighed Minimum tykkelse
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm
luftfugtighed
>30°C >80% relativ luftfugtighed 20 mm

Mellem udendgrs- og indendgrsenheder

BEMARK

Det anbefales, at kglergrene mellem indendgrs- og udendgrsenheden installeres i en
kanal, eller at kglergrene omvikles med afslutningstape.

1 Isoler og fastger kglergrene og kablerne pa fglgende made:

Gasrgr

a
b Gasrgrsisolering

¢ Forbindelsesledning

d Ledningsfgring pa stedet (hvis relevant)
e Vaskergr

f Vaeskergrsisolering

g Montagetape

2 Monter servicedaekslet.

Indvendigt i udendgrsenheden

Ga frem pa fglgende made for at isolere kglergrene:

Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Foretag isolering af vaeske- og gasrgr.

2 Vikl varmeisolerende materiale omkring bgjningerne, og laeg herefter
vinyltape omkring (c, se ovenfor).

Sgrg for, at rgrene pd brugsstedet ikke bergrer kompressorens komponenter.
Man skal teetne isoleringen i enderne (taetningsmiddel osv.) (b, se ovenfor).

Man skal omvikle rgrene pa brugsstedet med vinyltape (d, se ovenfor) for at
beskytte dem mod skarpe kanter

6 Hvis udendgrsenheden er monteret over indendgrsenheden, skal man daekke
spaerreventilerne med teetningsmateriale for at hindre, at kondensvand pa
spaerreventilerne Igber imod indendgrsenheden.

BEMZRK
Enhver fritliggende del af rgrene kan medfgre kondensdannelse.

7 Séet servicedakslet og indgangspladen til rgrene pa igen.

8 Luk alle spraekker, sa der ikke traenger sma dyr eller sne ind i systemet.
X .
~

a Teetning

BEMARK
Undlad at blokere udluftningsabningerne. Dette kunne medfgre luftcirkulation inde i

enheden.

ADVARSEL
Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som

tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, r@g eller brand.
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22 Konfiguration

/N

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

®

BEMARK

Kontrollér, at brugsstedsindstillingen [2-49] "Ny installation eller installation ved
udskiftning" er indstillet korrekt.

i @

INFORMATION

Det er vigtigt, at montgren laeser alle informationer i dette kapitel efter hinanden, og
at systemet indstilles korrekt.

| dette afsnit

22.1

22.2

INASEIINGEr PA DIUGSSTEABT ...ttt st s ket s et sttt s ettt s ettt en e ens 122
2211 OMiNdStilliNger P& DIUESSTEAET ....oviiiiiieiiieiie ettt 122
22.1.2  Adgang til komponenter til brugsstedSindStilliNgG.........ccoviiiiiiei e 123
22.1.3  Komponenter til brugsstedsindstilling............ 124
22,14 Adgang til TIISTANA 1 @IIET 2 ...uieiiiei ettt ettt 125
22,15 Anvendelse af tiISTANG L......ciiiiiiie s 126
22.1.6  Anvendelse af tilstand 2................ 126
22.1.7  Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger .... 127
22.1.8  Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger ..... 129
Energibesparelse 08 OPtiMal Arifl.......oi ittt 134
2221 Primaere driftSMETOTEN ... .ot 134
22.2.2  Tilgengelige komfort-indstillinger......... 135
22.2.3  Eksempel: Automatisk tilstand UNder KBING .........ccoiiiiiiiiiiiii s 137
22.2.4  Eksempel: Automatisk tilstand Under OPVarMNING ........covooiiiieii e 138

22.1 Indstillinger pa brugsstedet

22.1.1 Om indstillinger pa brugsstedet

For at kunne konfigurere varmepumpesystemet er input til udendgrsenhedens
primaere printkort pakreevet (A1P). Dette omfatter fglgende komponenter til
brugsstedsindstilling:

= Trykknapper til input til printkortet

= Et display til leesning af feedback fra printkortet

= DIP-omskiftere (man skal kun aendre fabriksindstillingerne, hvis man monterer en
kgle/varme-veaelger).

Se endvidere:
= "22.1.3 Komponenter til brugsstedsindstilling" [» 124]
= "22.1.2 Adgang til komponenter til brugsstedsindstilling" [» 123]

Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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PC-konfigurator

¢ (X27A)

PC
b Kabel (EKPCCAB¥*)
¢ Forlaengerkabel tilsluttet X27A
X27A Stik
A1P Udendgrsenhed primaere printkort

Tilstand 1 og 2

Tilstand Beskrivelse

Tilstand 1 Tilstand 1 kan anvendes til overvagning af
udendgrsenhedens aktuelle tilstand. Noget af indholdet

(overvagnings- ) - . .
vedrgrende brugsstedsindstillinger kan ogsa overvages.

indstillinger)

Tilstand 2 Tilstand 2 anvendes til @ndring af brugsstedsindstillinger
(brugsstedsindstillinger pa systemet. Man kan se den aktuelle vaerdi for

) brugsstedsindstillinger og zendre den.

Generelt kan normal drift genoptages uden seerlig
indgriben, efter at man har andret
brugsstedsindstillinger.

Visse brugsstedsindstillinger anvendes til seerlig drift
(f.eks. kgrsel med systemet én gang, indstilling af
genvinding/udsugning, manuel tilfgrsel af kglemiddel
osv.). | disse tilfelde skal man afbryde seerlig drift, fgr
man kan genstarte normal drift. Dette angives i
forklaringen nedenfor.

Se endvidere:

= "22.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 125]

= "22.1.5 Anvendelse af tilstand 1" [» 126]

= "22.1.6 Anvendelse af tilstand 2" [» 126]

= "22.1.7 Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger" [» 127]
= "22.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger" [» 129]

22.1.2 Adgang til komponenter til brugsstedsindstilling
Se "17.2.2 Sddan abnes udendgrsenheden" [» 72].
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22.1.3 Komponenter til brugsstedsindstilling

Placering af 7-segment-displays, knapper og DIP-omskiftere:

a b c
|
=g=I H:II:IJ =
D Haswaszass O D D
. e @
O (2

22-1 1fase (V)

i b
[ — (-]
O | O
o mEmsas
g

(1]

[y}

BS1 BS2 BS3
i

] DSt D82 H H
= 00
22-2 3faser(Y)

BS1 MODE: £ndring af den indstillede tilstand
BS2 SET: Til indstilling pa brugsstedet
BS3 RETURN: Til indstilling pa brugsstedet
DS1, DS2 DIP-omskiftere
a 7-segment-displays
b Trykknapper
¢ DIP-omskiftere

DIP-omskiftere

Man skal kun aendre fabriksindstillingerne, hvis man monterer en kgle-/
varmevelger.

DS1-1 K@LE/VARME-veaelger (se vejledningen til kgle/varme-
veelgeren).

ON= K@LE/VARME-valger aktiv; OFF=ikke
installeret=fabriksindstilling

DS1-2 ANVENDES IKKE. MAN MA IKKE £NDRE
FABRIKSINDSTILLINGEN.

Trykknapper

Foretag brugsstedsindstillinger med trykknapperne. Betjen trykknapperne med en
isoleret pind (f.eks. en kuglepen) for at undga at rgre ved spaendingsfgrende dele.

(o]

7-segment-displays

Displayet giver feedback om brugsstedsindstillinger, der er defineret som [tilstand-
indstilling]=veerdi.

Eksempel

EiEE Beskrivelse

Standard situation

il
L]

Tilstand 1

AN ——1

L
Exx
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E=iBEEE Beskrivelse
1 Tilstand 2
B

L Indstilling 8
Bmg‘ (i tilstand 2)

1 Veerdi 4

lmﬁ (i tilstand 2)

22.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2

Initialisering: standard situation

BEMZRK
Sla strgmmen TIL mindst 6 timer fgr driftsstart for at lede strgm til opvarmningen af

krumtaphuset og for at beskytte kompressoren.

SI& strgmforsyningen til pd udendgrsenheden og pa alle indendgrsenheder. Nar
kommunikationen mellem indendgrsenheden og udendgrsenheden (-enhederne)
er etableret og normal, vil status for 7-segmentvisning veere som nedenfor
(standard situation fra fabrik).

Trin Visning

rrrrrrr

Nar strgemforsyningen slas til: blinker som vist. Fgrste
kontrol af strgmforsyning foretages (8~10 min).

Hvis alt er ok: lyser som vist (1~2 min).

Klar til drift: tomt display som vist.

<= Fra

— Blinker

- il
| tilfeelde af fejl vises fejlkoden pa indendgrsenhedens brugerinterface og pa
udendgrsenhedens 7-segment-display. Ret fejlkoden i henhold til visningen. Man
skal fgrst kontrollere kommunikationsledningen.

Adgang

Brug BS1 for at skifte mellem standard situation, tilstand 1 og tilstand 2.

Adgang Handling

Standard situation

Tilstand 1 = Tryk en gang pa BS1.

7-segment-visningen skifter til:

LU 0.

= Tryk pa BS1 en gang til for at komme tilbage til
standard-situationen.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Adgang Handling
Tilstand 2 = Tryk pa BS1 i mindst fem sekunder.

7-segment-visningen skifter til:
=

= Tryk pa BS1 en gang til (kortvarigt) for at komme
tilbage til standard-situationen.

INFORMATION

Hvis man bliver forvirret midt under indstillingen, kan man trykke pa BS1 for at ga
tilbage til standard situationen (ingen visning pa 7-segment displays: tom, se
"22.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 125].

i @

22.1.5 Anvendelse af tilstand 1

Tilstand 1 anvendes til indstilling af grundindstillinger og til overvagning af status
pa enheden.

Hvad Hvordan
/Zndring af og adgang til 1 Tryk en gang pa BS1 for at veelge tilstand 1.
indstilling i tilstand 1 2 Tryk p& BS2 for at veelge den pakreevet
indstilling.

3 Tryk en gang pa BS3 for at fa adgang til den
valgte indstillingsveerdi.

For at forlade og ga tilbage til | Tryk pa BS1.
oprindelig status

Eksempel:

Kontrol af indholdet af parameter [1-10] (for at se, hvor mange indendgrsenheder,
der er tilsluttet systemet).

[A-B]=C i dette tilfeelde defineret som: A=1; B=10; C=vaerdien, som vi gnsker at
kende/overvage:

1 Kontrollér, at 7-segment-displayets visning gengiver standard situationen
(normal drift).

2 Tryk en gang pa BS1.

Resultat: Der er adgang til tilstand 1: ¢
3 Tryk 10 gange pa BS2.

Resultat: Tilstand 1 indstilling 10 adresseres:

4 Tryk en gang pa BS3. Den viste vaerdi (afhaengigt af de faktiske forhold pa
brugsstedet), er det antal indendgrsenheder, der er tilsluttet systemet.

Resultat: Tilstand 1 indstilling 10 er adresseret og valgt, returveerdien er
overvaget information

5 Tryk en gang pa BS1 for at forlade tilstand 1.

22.1.6 Anvendelse af tilstand 2

Tilstand 2 anvendes til indstilling af brugsstedsindstillinger pa udendgrsenheden og
pa systemet.
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Hvad Hvordan
Z&ndring af og adgang til = Tryk pa BS1 i mere end fem sekunder at vaelge
indstilling i tilstand 2 tilstand 2.
= Tryk pa BS2 for at veelge den pakraevet
indstilling.

= Tryk en gang pa BS3 for at fa adgang til den
valgte indstillingsvaerdi.

For at forlade og ga tilbage til | Tryk pa BS1.
oprindelig status

Z&ndring af veerdien for den = Tryk pa BS1 i mere end fem sekunder at vaelge

valgte indstilling i tilstand 2 tilstand 2.

= Tryk pa BS2 for at veelge den pakraevet
indstilling.

= Tryk en gang pa BS3 for at fa adgang til den
valgte indstillingsvaerdi.

= Tryk pa BS2 for at veelge den pakraevede veerdi
for den valgte indstilling.

= Tryk en gang pa BS3 for at validere aendringen.

= Tryk pa BS3 igen for at starte driften med den
valgte veerdi.

Eksempel:

Kontrol af indhold af parameter [2-18] (for aktivering eller deaktivering af hgjt
statisk tryk pa udendgrsenhedens blzeser).

[Tilstand-Indstilling]=Veerdi, i dette tilfeelde defineret som: Tilstand=2; Indstilling=7;
Veerdi=veerdien, som vi gnsker at kende/aendre.

1 Kontrollér, at 7-segment-displayets visning gengiver standard situationen

(normal drift).
2  Tryk pd BS1imere end fem sekunder.

Resultat: Der er adgang til tilstand 2: k. 0. (.

3 Tryk 18 gange pa BS2.

Resultat: Tilstand 2 indstilling 18 adresseres:i

4 Tryk en gang pa BS3. Displayet viser status for indstillingen (afhaengigt af de
faktiske forhold pa brugsstedet). | tilfaeldet [2-18] er standardvaerdien "0",
hvilket betyder, at funktionen med ventileret rum er deaktiveret.

Resultat: Tilstand 2 indstilling 18 er adresseret og valgt, returvaerdien er den
aktuelle indstilling.

5 For at eendre veerdien af indstillingen skal du trykke pa BS2, indtil den
pakraevede veaerdi vises pa 7-segment-displayet.

6 Tryk en gang pa BS3 for at validere sendringen.
Tryk pa BS3 for at starte driften i henhold til den valgte indstilling.
Tryk en gang pa BS1 for at forlade tilstand 2.

22.1.7 Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger
[1-1]
Viser status for stgjsvag drift.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
VRV 5-S system klimaanlzeg 127
4P848372-1A - 2026.07



22 | Konfiguration

Stgjsvag drift reducerer den st@j, der dannes af enheden sammenlignet med
normale driftsbetingelser.

[1-1] Beskrivelse
0 Enheden kgrer aktuelt ikke i stgjsvag drift.
1 Enheden kgrer aktuelt i stgjsvag drift.

Stgjsvag drift kan indstilles i tilstand 2. Der findes to metoder til aktivering af
stpjsvag drift af systemet med udendgrsenheder.

= Den fgrste metode er at etablere automatisk stgjsvag drift om natten via
brugsstedsindstillingerne. Enheden vil kgre pa det valgte stgjsvage niveau i det
valgte tidsrum.

= Den anden metode er at etablere stgjsvag drift baseret pa et eksternt input. Der
kraeves ekstra tilbehgr for at kunne anvende denne metode.

[1-2]
Viser status for drift med begraenset strgmforbrug.

Drift med begraenset strgmforbrug reducerer enhedens strgmforbrug
sammenlignet med normale driftsbetingelser.

[1-2] Beskrivelse
0 Enheden kgrer aktuelt ikke med begraenset
strgmforbrug.
1 Enheden kgrer aktuelt med begraenset strgmforbrug.

Drift med begraenset strgmforbrug kan indstilles i tilstand 2. Der findes to metoder
til aktivering af drift med begraenset strgmforbrug pa systemet med
udendgrsenheder.

= Den fgrste metode er at aktivere en tvungen drift med begraenset stremforbrug
via brugsstedsindstillingerne. Enheden vil da altid kgre med det valgte
begraensede strgmforbrug.

= Den anden metode er at etablere drift med begraenset stremforbrug baseret pa
et eksternt input. Der kraeves ekstra tilbehgr for at kunne anvende denne

metode.
[1-5] [1-6]
Kode Viser ...
[1-5] Den aktuelle T, target parameter position
[1-6] Den aktuelle T, target parameter position

Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for at fa yderligere information
og radgivning om virkningen af disse indstillinger.

[1-10]
Viser det totale antal tilsluttede indendgrsenheder.

Det kan veere hensigtsmaessigt at kontrollere, om det totale antal installerede
indendgrsenheder svarer til det totale antal indendgrsenheder, som systemet
registrerer. Hvis der er en uoverensstemmelse, anbefaler vi, at man kontrollerer
kommunikationsforbindelsen mellem udendgrs- og indendgrsenheder (F1/F2
kommunikationsforbindelse).
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[1-17] [1-18] [1-19]

Kode Viser ...

[1-17] Den seneste fejlkode

[1-18] Den fejlkode, der forekom gangen fgr den seneste
fejlkode

[1-19] Den fejlkode, der forekom to gange fgr den seneste
fejlkode

Hvis de seneste fejlkoder ved et uheld er blevet nulstillet pa et brugerinterface til
en indendg@rsenhed, kan de kontrolleres igen via disse overvagnings-indstillinger.

Vedrgrende indhold eller meningen med en fejlkode, se "26.3 Lgsning af
problemer baseret pa fejlkoder" [» 147], hvor de mest relevante fejlkoder
forklares. | servicevejledningen til denne enhed kan man fa detaljerede oplysninger
om fejlkoder.

[1-40] [1-41]

Kode Viser ...
[1-40] Aktuel indstilling vedrgrende kglekomfort
[1-41] Aktuel indstilling vedrgrende varmekomfort

Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for yderligere oplysninger om
denne indstilling.

22.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger

[2-8]
T, target temperatur i forbindelse med kgling.
[2-8] T, target [°C]
0 (standard) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for at fa yderligere information
og radgivning om virkningen af disse indstillinger.

[2-9]
T, target temperatur i forbindelse med opvarmning.
[2-9] T, target (°C)
0 (standard) Auto
1 41
3 43
6 46
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Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for at fa yderligere information
og radgivning om virkningen af disse indstillinger.

[2-12]

Aktiverer stgjsvag funktion og/eller begraensning af strgmforbrug via ekstern
kontroladapter (DTA104A61/62).

Hvis systemet skal kgre i stgjsvag drift eller med begraenset strgmforbrug, og der
sendes et eksternt signal til enheden, skal denne indstilling andres. Denne
indstilling fungerer kun, nar den eksterne kontroladapter (DTA104A61/62) er

installeret.
[2-12] Beskrivelse
0 (standard) Deaktiveret.
1 Aktiveret.
[2-18]

Indstilling af hgjt statisk tryk pa blaeser.

Hvis det statiske tryk pa udendgrsenhedens blaeser forgges, reduceres
luftstrammen, og blaesermotorens strgmforbrug gges. Enheden kan bedgmme ESP
(eksternt statisk tryk) via malinger.

Med denne indstilling kan installatgren indstille ESP til et fast niveau, eller sendre
tidspunktet for ESP-bedgmmelse.

Bemeerk: Ved et ESP-niveau hgjere end 45 Pa, bibeholdes niveau 0 for at sikre
stabiliteten pa blaesermotoren.

[2-18] Beskrivelse

0 (standard) Automatisk indstilling i ibrugtagningstilstand og i
standby-tilstand

1 Automatisk indstilling kun i ibrugtagningstilstand
2 Niveau O (ESP mellem 0-20 Pa)
3 Niveau 1 (ESP mellem 20-35 Pa)
4 Niveau 2 (ESP mellem 35-45 Pa)
[2-20]
Manuel pafyldning af ekstra maengde kglemiddel.
[2-20] Beskrivelse
0 (standard) Deaktiveret.
1 Aktiveret.

Tryk pa BS3 for at standse den manuelle pafyldning af
ekstra kglemiddel (nar den pakraevede mangde er
blevet pafyldt). Hvis ikke denne funktion afbrydes med
BS3, standser enheden efter 30 minutter. Hvis ikke

30 minutter er tilstraekkeligt til at pafylde den
pakreevede maengde, kan man genaktivere funktionen
ved at andre brugsindstillingerne igen.

[2-21]
Tilstand med genvinding af kglemiddel/udsugning.

For at fa en fri passage til genvinding af kglemiddel fra systemet eller for at fjerne
urenheder eller at udsuge systemet er det ngdvendigt at anvende en indstilling,
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hvor de pakraevede ventiler i kglekredsen dbnes, sa genvindingen af kglemiddel
eller udsugningen kan foretages korrekt.

[2-21] Beskrivelse

0 (standard) Deaktiveret.

1 Aktiveret.

Tryk pa BS3 for at standse genvinding af kelemiddel/
udsugning. Hvis ikke man trykker pa BS3, fortsaetter

systemet med genvinding af kglemiddel/udsugning.

[2-22]
Automatisk indstilling af stgjsvag drift og niveau om natten.

Ved at andre denne indstilling kan man aktivere automatisk stgjsvag drift pa
enheden og definere driftsniveauet. Stgjniveauet senkes afhaengigt af det valgte
niveau. Start og standsning af denne funktion defineres under indstilling [2-26] og
[2-27] (se beskrivelsen nedenfor).

[2-22] Beskrivelse
0 (standard) Deaktiveret
1 Niveau 1 Niveau 5<Niveau 4<Niveau
) Niveau 2 3<Niveau 2<Niveau 1
3 Niveau 3
4 Niveau 4
5 Niveau 5

[2-25]

Niveau for st@jsvag drift via den eksterne kontroladapter.

Hvis systemet skal kgre i stgjsvag drift, sd definerer denne indstilling niveauet for
stgjsvag drift, nar der sendes et eksternt signal til enheden.

Denne indstilling fungerer kun, nar den eksterne kontroladapter (DTA104A61/62)
er installeret, og nar indstillingen [2-12] er aktiveret.

[2-25] Beskrivelse
1 Niveau 1 Niveau 5<Niveau 4<Niveau
2 (standard) Niveau 2 3<Niveau 2<Niveau 1
3 Niveau 3
4 Niveau 4
5 Niveau 5

[2-26]
Starttid for stgjsvag drift.

Denne indstilling anvendes sammen med indstilling [2-22].

[2-26] Starttid automatisk stgjsvag drift (ca.)
1 20:00
2 (standard) 22:00
3 24:00
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[2-27]

Standsetid for stgjsvag drift.

Denne indstilling anvendes sammen med indstilling [2-22].

[2-27] Standsetid automatisk stgjsvag drift (ca.)
1 6:00
2 7:00
3 (standard) 8:00

[2-30]
Niveau for begraensning af stremforbrug (trin 1) via den eksterne kontroladapter
(DTA104A61/62).

Hvis systemet skal kgre med begrenset strgmforbrug, sa definerer denne
indstilling niveauet for begraenset stremforbrug i trin 1, nar der sendes et eksternt
signal til enheden. Niveau i henhold til tabellen.

[2-30] Begranset strgmforbrug (omtrent)
1 60%
2 65%
3 (standard) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

Niveau for begraensning af strgmforbrug (trin 2) via den eksterne kontroladapter
(DTA104A61/62).

Hvis systemet skal kgre med begraenset strgmforbrug, sa definerer denne
indstilling niveauet for begraenset strgmforbrug i trin 2, nar der sendes et eksternt
signal til enheden. Niveau i henhold til tabellen.

[2-31] Begraenset stremforbrug (omtrent)
1 (standard) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Drift med tvungen, konstant begraensning af strgmforbrug (der kraeves ikke en
ekstern kontroladapter til begraensning af stremforbruget).

Hvis systemet altid skal kere med begraenset stromforbrug, aktiverer og definerer
denne indstilling niveauet for begraensning af stremforbrug, og denne indstilling vil
blive anvendt konstant. Niveau i henhold til tabellen.

[2-32] Reference begraensning
0 (standard) Funktion ikke aktiv.
1 Fglger [2-30] indstilling.
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[2-32] Reference begransning
2 Fglger [2-31] indstilling.

[2-49]

Ny installation eller udskiftning. Denne brugsstedsindstilling er vigtig i forbindelse
med korrekt handtering af olie.

[2-49] Beskrivelse
0 Ny Installation (nye R32 rgr)
1 (standard) Udskiftning (genanvendelse af R410A rgr)

[2-60]

Indstillinger pa overvagnings-fiernbetjening. Strgmforsyningen skal slas fra og til
igen for at gemme denne indstilling.

Se  detaljer om  overvagnings-fijernbetjeningen i "16.2  Krav il
systemopbygning" [» 56] eller se fjernbetjeningens installations- og
betjeningsvejledning.

[2-60] Beskrivelse
0 (standard) Overvagnings-fijernbetjening ikke forbundet med
systemet
1 Overvagnings-fiernbetjening forbundet med systemet

[2-81]
Indstilling vedrgrende kglekomfort.

Denne indstilling anvendes sammen med indstilling [2-8].

[2-81] Indstilling vedrgrende kglekomfort
0 Eco
1 (standard) Svag
2 Hurtig
3 Hoj effekt

Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for at fa yderligere information
og radgivning om virkningen af disse indstillinger.

[2-82]
Indstilling vedrgrende varmekomfort.

Denne indstilling anvendes sammen med indstilling [2-9].

[2-82] Indstilling vedrgrende varmekomfort
0 Eco
1 (standard) Svag
2 Hurtig
3 Hoj effekt

Se "22.2 Energibesparelse og optimal drift" [» 134] for at fa yderligere information
og radgivning om virkningen af disse indstillinger.
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22.2 Energibesparelse og optimal drift

Dette varmepumpesystem er udstyret med avancerede energibesparende
funktioner. Der kan laegges vaegt pa energibesparelse eller komfort, alt efter hvad
man prioriterer. Der kan veelges mellem flere parametre, hvilket giver en optimal
balance mellem energiforbrug og komfort i forbindelse med den specifikke
anvendelse.

Flere driftsmgnstre er tilgengelige og beskrives nedenfor. Man kan endre
parametrene efter forholdene i ens bygning og dermed far den bedste balance
mellem energiforbrug og komfort.

Uanset hvilken styring man veelger, kan der stadig forekomme variationer i
systemets reaktion pa grund af kontrol af beskyttelse, der foretages for at sikre, at
systemet kgrer stabilt. Den tilsigtede virkning ligger dog fast, og dette anvendes til
at opna den bedste balance mellem energiforbrug og komfortniveau, afhaengigt af
brugen af systemet.

22.2.1 Primeere driftsmetoder

Basis

Kglemiddeltemperaturen er fast, uafhaengigt af omgivelserne.

Aktivering af dette i... Zndring...
Kgling [2-8]=2
Opvarmning [2-9]=2
Automatisk

Kglemiddeltemperaturen indstilles afhaengigt af udendgrs omgivende betingelser.
Justering af kglemiddeltemperaturen, sa den svarer til den pakraevede belastning
(der ogsa afhanger af udendgrs omgivende betingelser).

Nar dit system eksempelvis kgrer i kgledrift, er der ikke behov for sa stor en
kpleeffekt, nar den udendgrs omgivende temperatur er lavere (f.eks. 25°C), som
nar den udendgrs omgivende temperatur er hgjere (f.eks. 35°C). Pa basis af dette
gger systemet automatisk kglemidlets temperatur, hvorved den leverede kapacitet
automatisk saenkes, og systemets effektivitet gges.

Nar dit system eksempelvis kgrer i varmedrift, er der ikke behov for sa stor en
varmeeffekt, ndr den udendgrs omgivende temperatur er hgjere (f.eks. 15°C), som
nar den udendgrs omgivende temperatur er lavere (f.eks. =5°C). Pa basis af dette
reducerer systemet automatisk kglemidlets temperatur, hvorved den leverede
kapacitet automatisk seenkes, og systemets effektivitet gges.

Aktivering af dette i...
Kgling [2-8]=3 (standard)
[2-9]=1 (standard)

Zndring...

Opvarmning

Meget fglsom/gkonomisk (kgling/opvarmning)

Kglemiddeltemperaturen indstilles hgjere/lavere (kgling/opvarmning)
sammenlignet med basisdrift. | driftstilstanden med hgj felsomhed er der lagt veegt
pa kundens komfort.

Den valgte metode for indendgrsenheder er vigtig, og man skal veere opmaerksom
pa dette, da den tilgaengelige kapacitet ikke er den samme som ved basisdrift.

Kontakt forhandleren for at fa mere information om drift med hgj fglsomhed.
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Aktivering af dette i... Zndring...

Kgling [2-8] til den hensigtsmeaessige veerdi,
passende til krav for et forberedt
system med en Igsning med hgj
felsomhed.

Opvarmning [2-9] til den hensigtsmeaessige veerdi,
passende til krav for et forberedt
system med en Igsning med hgj

felsomhed.
[2-8] T, target (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9] T, target (°C)
4 43

22.2.2 Tilgengelige komfort-indstillinger

Der kan veelges et komfort-niveau for hver af de ovennavnte tilstande. Komfort-
niveauet afhanger af tidsindstillingen og af effekten (energiforbruget), der skal til
for at opnd en vis rumtemperatur gennem en midlertidig zendring af
kglemiddeltemperaturen til en anden veerdi for hurtigere at opna den gnskede
tilstand.

Hgj effekt

Hojere tilfgrt effekt (under opvarmning) eller lavere tilfgrt effekt (under kgling) er
tilladt, i forhold til den pakraevede kglemiddeltemperatur, for at opna den
pakreevede rumtemperatur meget hurtigt. Hgjere tilfgrt effekt er tilladt fra
starttidspunktet.

Nar effektkravet fra indendgrsenheden falder, skifter systemet til stabil drift, der
defineres af driftsmetoden naevnt ovenfor.

Aktivering af dette i... Z&ndring...
Kgling [2-41]=3.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-8].

Opvarmning [2-42]=3.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-9]

Hurtig

Hojere tilfgrt effekt (under opvarmning) eller lavere tilfgrt effekt (under kgling) er
tilladt, i forhold til den pakraevede kglemiddeltemperatur, for at opna den
pakreevede rumtemperatur meget hurtigt. Hgjere tilfgrt effekt er tilladt fra
starttidspunktet.

Nar effektkravet fra indendgrsenheden falder, skifter systemet til stabil drift, der
defineres af driftsmetoden naevnt ovenfor.
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Aktivering af dette i... Zndring...

Kgling [2-41]=2.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-8].

Opvarmning [2-42]=2.

Denne indstilling anvendes sammen

med indstilling [2-9].

Svag

Hojere tilfgrt effekt (under opvarmning) eller lavere tilfgrt effekt (under kgling) er
tilladt, i forhold til den pakraevede kglemiddeltemperatur, for at opna den
pdkraevede rumtemperatur meget hurtigt. Hgjere tilfgrt effekt er ikke tilladt fra
starttidspunktet. Systemet starter under de betingelser, der er defineret i
forbindelse med ovennavnte driftstilstand.

Nar effektkravet fra indendgrsenheden falder, skifter systemet til stabil drift, der
defineres af driftsmetoden naevnt ovenfor.

Bemaerk: Tilstanden ved opstart afviger fra komfort-indstillingen med hgj effekt og
den hurtige komfort-indstilling.

Aktivering af dette i... Zndring...
Kgling [2-41]=1.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-8].

Opvarmning [2-42]=1.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-9].

Eco

Den oprindeligt tilsigtede kglemiddeltemperatur, der defineres med driftsmetoden
(se ovenfor), bibeholdes uden endringer, med mindre der skal foretages en
kontrol af beskyttelse.

Aktivering af dette i... Zndring...
Kaling [2-41]=0.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-8].

Opvarmning [2-42]=0.

Denne indstilling anvendes sammen
med indstilling [2-9].
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22.2.3 Eksempel: Automatisk tilstand under kgling

T, |

6°C

A Faktisk belastningskurve
B Virtuel belastningskurve (automatisk tilstand med startkapacitet)
C Virtuel target-vaerdi (automatisk tilstand med veerdi for start-
fordampningstemperatur)
D Pakraevet veerdi for fordampningstemperatur
E Belastningsfaktor
F Udendgrs lufttemperatur
T, Fordampningstemperatur
B Hurtig
0 Hgj effekt
Svag

Rumtemperatur udvikling:
A

B C
A Indendgrsenhed indstillet temperatur
B Drift start
C Driftstid
D Svag
E Hurtig
F Hgj effekt
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22.2.4 Eksempel: Automatisk tilstand under opvarmning

R 100%

70%

e

B s

N
¢}

F

Virtuel belastningskurve (standard automatisk tilstand med maks. kapacitet)
Belastningskurve

Virtuel target-vaerdi (automatisk tilstand med veerdi for start-
kondenseringstemperatur)

Konstruktionstemperatur

Belastningsfaktor

Udendgrs lufttemperatur

Kondenseringstemperatur

Hurtig

Hgj effekt

Svag

0 w>

Iln"-nrnU

Rumtemperatur udvikling:

»

m —_——
oy

Indendgrsenhed indstillet temperatur
Drift start

Driftstid

Svag

Hurtig

Hgj effekt

mTmOON®m>
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23 lbrugtagning

BEMARK
Generel ibrugtagning kontrolliste. Ud over anvisningerne om ibrugtagning i dette

afsnit findes der ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin Business
Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et supplement til anvisningerne i dette
afsnit og kan anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved rapportering i
forbindelse med ibrugtagning og overdragelse til kunden.

| dette afsnit

231
232
233
23.4
235
236

FOrholdsregler Ve IDrUBTAZNING .. ...c.eoiiii ettt ettt ettt ettt ettt et ettt enn 139
Kontrolliste fgr ibrugtagning .....
Kontrolliste under ibrugtagning
Om system-testkgrsel................

Testkgrsel (7-segment-display)
Rettelse efter unormal afslutning af tESTKBISEI ... 142

23.1 Forholdsregler ved ibrugtagning

c FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FORSIGTIG

Foretag IKKE testkgrsel, nar du udfgrer arbejde pa indendgrsenheden (-
enhederne).

Ved testkgrsel kgrer BADE udendgrsenheden og den tilsluttede indendgrsenhed. Det
er farligt at arbejde pa en indendgrsenhed i forbindelse med testkgrsel.

> B P

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Fjern
ikke blaeserafskeermningen. Da blaeseren roterer med hgj hastighed, vil det medfgre
tilskadekomst.

° INFORMATION

l Under den f@rste kgrselsperiode af enheden kan der kraeves mere forsyningsstrgm

end angivet pa enhedens typeskilt. Det skyldes, at kompressoren kraever 50 timers
drift, fgr den kgrer jeevnt og har et stabilt strgmforbrug.

BEMZRK
Sla strgmmen TIL mindst 6 timer fgr driftsstart for at lede strgm til opvarmningen af

krumtaphuset og for at beskytte kompressoren.

Under testdrift vil udendgrsenheden og indendgrsenheden starte op. Kontrollér, at
alt forberedende arbejde pd indendgrsenhederne er afsluttet (rgrfgring pa
brugsstedet, fgring af elkabler, udluftning...). Se detaljer i installationsvejledningen
til udendgrsenheden.
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23.2 Kontrolliste fgr ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.

2

Luk enheden.

3 Start enheden.

(] Du har lzest alle anvisninger vedrgrende installation og drift beskrevet i installations- og
betjeningsvejledningen.

(] Installation
Kontrollér, at enheden er korrekt monteret for at undga unormal stgj og vibrationer, nar
enheden startes.

] Ledningsfgring pa stedet
Kontrollér, at ledningerne pa brugsstedet er blevet monteret i henhold til anvisningerne i
afsnittet "20 El-installation” [» 107], i henhold til ledningsdiagrammerne og i
overensstemmelse med kravene i relevante nationale bestemmelser.

] Strgmforsyning spaending
Kontrollér strgmforsyningen/spandingen pad det lokale strgmpanel. Spaendingen SKAL
svare til den spanding, der er angivet pa enhedens fabriksskilt.

(] Jordforbindelse
Kontrollér, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at jordklemmerne er spaendt.

(] Isoleringstest af hovedstrgmforsyningen
Vha. en megatester til 500 V skal man kontrollere for en modstandsdygtighed pa 2 MQ eller
mere ved at lede 500 V DC mellem terminaler til stremforsyning og jordforbindelse.
Megatesteren ma ALDRIG bruges til forbindelsesledninger.

(] Sikringer, afbrydere eller beskyttelsesindretninger
Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesindretninger er af den
stgrrelse og type, som er angivet i afsnittet "20.1.6 Specifikationer vedrgrende
komponenter  til  standard-ledningsfgring" [ 112]. Hverken sikringer eller
beskyttelsesindretninger ma vaere frakoblede.

(] Intern ledningsfgring
Se efter, om der er Igse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i el-boksen
eller inde i enheden.

(] Rorstgrrelse og rgrisolering
Serg for at r@rstgrrelser er korrekte, og at isoleringsarbejdet er udfgrt korrekt.

] Spaerreventiler
Kontrollér, at spaerreventilerne pa vaeskesiden og pa gassiden er abne.

(] Beskadiget udstyr
Kontrollér enheden indvendigt for beskadigede komponenter eller klemte rgr.

(] Kglemiddellekage
Kontrollér enheden indvendigt for kglemiddelleekage. Hvis der er opstdet en
kplemiddellaekage, skal du forsgge at reparere leekagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du
kontakte forhandleren. Rgr ikke ved kglemiddel, der er treengt ud ved kglergrenes
tilslutninger. Dette kan medfgre forfrysninger.

(] Olielekage
Kontrollér kompressoren for olieleekage. Hvis der er opstaet en olielaekage, skal du forsgge
at reparere laekagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du kontakte forhandleren.

n Luftind-/udtag

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret af papir, karton eller andet
materiale.

Referencevejledning vedrgrende montering og brug

140

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

VRV 5-S system klimaanlzeg
4P848372-1A - 2026.07



23 | Ibrugtagning

(] Ekstra maengde kglemiddel til pafyldning

Den ekstra mangde kglemiddel, der skal pafyldes enheden, skal noteres pa det
medfglgende maerkat med "Pafyldt kglemiddel", hvilket skal szettes fast bag pa
frontdaekslet.

(] Krav til R32 udstyr

Systemet skal leve op til kravene beskrevet i afsnittet: "3.1 Instruktioner vedrgrende udstyr,
der anvender R32 kglemiddel" [» 17].

(] Brugsstedsindstillinger
Kontrollér, at alle gnskede brugsstedsindstillinger er indstillet. Se "22.1 Indstillinger pa
brugsstedet" [r 122].

For korrekt handtering af olie skal man kontrollere, at brugsstedsindstillingen [2-49] "Ny
installation eller installation ved udskiftning" er indstillet korrekt.

[] Installationsdato og indstilling pa brugsstedet

Sgrg for at kontrollere installationsdatoen pa etiketten, som sidder pa bagsiden af den
frontplade i henhold til EN60335-2-40, og notér indstillinger pa brugsstedet.

23.3 Kontrolliste under ibrugtagning

(] Sadan udfgres en testkgrsel.

23.4 Om system-testkgrsel

BEMARK
Husk at fortage en testkgrsel efter den fgrste installation. Ellers vises fejlkoden /3 pa

brugerinterfacet, og test af normal drift eller af driften pa hver enkelt
indendgrsenhed kan ikke foretages.

Fremgangsmaden nedenfor beskriver testkgrsel af hele systemet. Her kontrolleres
og bedgmmes fglgende:

= Kontrol af forkert ledningsfgring (kontrol af kommunikation med indendgrsenhed
(-enheder)).

= Kontrol af spaerreventilernes abning.
= Bedgmmelse af rgrleengden.

= Man kan ikke kontrollere hver enkelt enhed for unormal tilstand pa
indendgrsenheder. Efter endt test skal man kontrollere indendgrsenhederne en
efter en ved at lade anlaegget kgre i normal drift med styring via brugerinterfacet.

Se flere detaljer om individuel testkgrsel i installationsvejledningen til
indendgrsenheden.

° INFORMATION

l = Det kan tage 10 minutter at opna en ensartet tilstand pa kglemidlet, fgr

kom pressoren starter.

® Under testkgrsel kan lyden af cirkulerende kglemiddel eller lyden af en
magnetventil blive hgjere og displayet kan skifte. Dette er ikke driftsfejl.

23.5 Testkgrsel (7-segment-display)

1 Kontrollér, at alle ¢@nskede brugsstedsindstillinger er indstillet, se
"22.1 Indstillinger pa brugsstedet" [» 122].
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2 SI& strgmforsyningen til pa udendgrsenheden og pa den/de tilsluttede
indendgrsenhed (-enheder).

BEMARK

Sla strgmmen TIL mindst 6 timer f@r driftsstart for at lede strgm til opvarmningen af
krumtaphuset og for at beskytte kompressoren.

3 Kontrollér, at anleegget er i udgangstilstand; se "22.1.4 Adgang til tilstand 1
eller 2" [» 125]. Tryk pa BS2 i 5 sekunder eller mere. Enheden vil starte testen.

Resultat: Der foretages automatisk en test, pa udendgrsenhedens display

m

vises "eO ",

og "Test operation" (testkgrsel) og "Under centralized control"

(styres centralt) vises pa indendgrsenhedernes brugerinterface.

Trin i forbindelse med automatisk testkgrsel pa systemet:

Trin Beskrivelse
0 Kontrol fgr opstart (trykudligning)
Loz Kontrol af start kgling
£03 Kgling stabil tilstand
O Kommunikationskontrol
E0S Speerreventil kontrol
05 Kontrol af rgrleengde
09 Pumpedrift
Lo Enhedsstop
° INFORMATION
l Under testen kan man ikke standse driften af enheden via et brugerinterface. Tryk pa
BS3 for at afbryde. Enheden standser efter +30 sekunder.

4 Kontrollér resultaterne af testkgrsel pa udendgrsenhedens 7-segment-display.

Faerdigggdrelse

Beskrivelse

Normal afslutning

Ingen visning pa 7-segment-displayet (udgangstilstand).

Unormal
afslutning

Visning af fejlkode pa 7-segment-displayet.

Se "23.6 Rettelse efter unormal afslutning af
testkgrsel" [» 142] med henblik pa at rette fejlen. Nar
testen er afsluttet, kan der kgres i normal drift efter 5
minutter.

23.6 Rettelse efter unormal afslutning af testkgrsel

Testen afsluttes kun, hvis der ikke vises en fejlkode pa brugerinterfacet eller pa
udendgrsenhedens 7-segment-display. Hvis der vises en fejlkode, skal man
foretage rettelser, som forklaret i tabellen med fejlkoder. Kgr testen igen og
kontrollér, at fejlen er rettet.

INFORMATION

@
l Se installationsvejledningen for indendgrsenheden vedrgrende detaljer om fejlkoder
relateret til indendgrsenheder.
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24 Overdragelse til brugeren

Nar testkgrslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du sgrge for, at
felgende er klart til brugeren:

= Sgrg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed brugeren om at
gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om, at han/hun kan finde den
komplette dokumentation pa den internetadresse, som er naevnt tidligere i
denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad der skal ggres
i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvad der skal ggres i forbindelse med vedligeholdelse af enheden.
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25 Vedligeholdelse og service

BEMARK
Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montgren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst en gang om aret.
Galdende lovgivning kan dog krzaeve kortere serviceintervaller.

BEMZRK
Geldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser kraever, at maengden af pafyldt
kglemiddel pa enheden angives i bade vaegt og CO,-akvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-akvivalente ton: GWP-veerdi af kglemidlet x
total kglemiddelpafyldning [i kg] / 1000

| dette afsnit
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25.1 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

if FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

ADVARSEL

Fgr man pabegynder arbejde pa systemer indeholdende antaendeligt kglemiddel, skal
der foretages en sikkerhedskontrol for at sikre, at risikoen for antazendelse minimeres.
Fglg i denne forbindelse de relevante anvisninger.

Se yderligere information i servicevejledningen.

BEMZRK: Risiko for elektrostatisk udladning

Rgr ved en metaldel pa enheden for at fjerne statisk elektricitet og beskytte PCB'et,
for der udfgres vedligeholdelses- eller servicearbejde.
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25.1.1 Forebyggelse mod elektriske faremomenter

Nar der udfgres servicearbejde pa inverterudstyr:

1

Man ma IKKE udfgre el-arbejde i 10 minutter, efter at stremforsyningen blevet
afbrudt.

Mal speendingen mellem terminalerne pa strgmforsyningens klemraekke med
en tester og kontrollér, at strgmforsyningen er blevet afbrudt. Mal endvidere
punkterne som vist pa tegningen med en tester og bekraeft, at spaendingen pa
kondensatoren i hovedstrgmkredsen ikke er hgjere end 50 V DC. Hvis den
malte spaending stadig er over 50 V DC, skal man aflade kondensatorerne pa
en sikker made med en specifik indretning til kondensatorafladning for at
undga mulig gnistdannelse.
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For at undga at beskadige printkortet skal du bergre en afisoleret metaldel for
at eliminere statisk elektricitet, f@r du tager stik af eller tilslutter dem.

Der kan vare restspaending pa backup-printkortet (A3P) bag pa el-boksens
monteringsplade. Vent mindst 20 minutter fgr service, indtil den grgnne
indikatorlampe pa printkortet slukkes (se billedet nedenfor).

Afbryd  forbindelsesstikkene ~ X106A  (A1P) til  bleesermotoren i
udendgrsenheden, fgr du pabegynder servicearbejde pa inverterudstyret. Pas
pa IKKE at bergre spaendingsfgrende dele. (Hvis en blaeser roterer pa grund af
kraftig vind, kan der lagres elektricitet i kondensatoren eller i hovedkredsen,
og dette kan medfgre elektrisk st@d.)

Efter endt servicearbejde skal du tilslutte forbindelsesstikkene igen. Ellers
vises fejlkoden E7, og enheden kan IKKE kgre i normal drift.

Se ledningsdiagrammet pa etiketten pa bagsiden af servicedaekslet for yderligere
detaljer.

Veer opmarksom pa ventilatoren. Det er farligt at inspicere enheden, nar
ventilatoren kgrer. Sluk for hovedafbryderen og tag sikringerne ud af styrekredsen
pd udendgrsenheden.
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25.2 Tjekliste for arlig vedligeholdelse af udendgrsenheden

Kontrollér falgende mindst en gang om aret:
= Varmeveksler

Udendgrsenhedens varmeveksler kan blive blokeret pa grund af stgv, snavs,
blade osv. Det anbefales at rense varmeveksleren en gang om aret. En blokeret
varmeveksler kan medfgre for lavt tryk eller for hgjt tryk, hvilket kan forringe
ydelsen.

25.3 Om drift i servicetilstand

Man kan foretage genvinding af kglemiddel/udsugning ved at anvende indstillingen
[2-21]. Se "22.1 Indstillinger pa brugsstedet" [» 122] med oplysninger om indstilling
af driftstilstand 2.

Nar der foretages genvinding af kglemiddel/udsugning, skal man omhyggeligt
kontrollere, hvad der skal udsuges/genvindes, fgr man starter. F& mere information
om udsugning og genvinding i installationsvejledningen til indendgrsenheden.

25.3.1 Anvendelse af udluftningstilstand

1 Nar enheden star stille, skal man indstille den til [2-21] for at starte tilstand
med genvinding.

Resultat: Efter bekraeftelse abner indendgrs- og udendgrsenhedernes
ekspansionsventiler helt. P4 dette tidspunkt lyser H1P, og brugerinterfacet pa
alle indendgrsenheder viser TEST (testkgrsel) og (ekstern styring), og
drift er ikke mulig.

2 Tgm systemet med en vakuumpumpe.

3 Tryk pa BS1 for at standse udsugningen.

25.3.2 Tgmning af kglemiddel

Dette arbejde bgr udfgres med en enhed til genvinding af kglemiddel. Fglg samme
fremgangsmade som ved udsugning.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Nedtrykning — Kglemiddellekage. Hvis du vil nedpumpe systemet og der er en

lekage i kglemiddelkredslgbet:

= Skal du IKKE bruge enhedens automatisk nedpumpningsfunktion, med hvilken du
kan samle al kglemidlet fra systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantaendelse og eksplosion af kompressoren pa grund af luft, der strgmmer
ind i kompressoren, som er i drift.

* Brug et separat gendannelsessystem, sa enhedens kompressor IKKE behgver at
veere i drift.

BEMZRK
Man ma IKKE aftappe olie, mens man aftapper kglemiddel. Eksempel: Med brug af

en olieudskiller.
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26 Fejlfinding

| dette afsnit
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26.1 Overblik: Fejlfinding

Fgr fejlfinding

Foretag en grundig visuel inspektion af enheden, og se efter, om der er tydelige
defekter sasom Igse forbindelser eller fejl pa ledningsfgringen.

26.2 Forholdsregler ved fejlfinding

c FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

if FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

ADVARSEL
® Enhedens hovedafbryder skal ALTID veere slaet fra, nar der udfgres inspektion pa

enhedens el-boks. Sl den pagaeldende afbryder fra.

= Stop enheden, nar en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor
sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, fgr den nulstilles. Parallelforbind
ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres veerdier til andet end
fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde arsagen til
problemet.

ADVARSEL
Undga ulykker som fglge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr ma

IKKE forsynes via en ekstern kontakt, sasom en timer, eller forbindes med en kreds,
som regelmaessigt teendes og slukkes ved hjzlp af enheden.

26.3 Lgsning af problemer baseret pa fejlkoder

Hvis der vises en fejlkode, skal man foretage rettelser, som forklaret i tabellen med
fejlkoder.

Nar man har rettet fejlen, skal man trykke pa BS3 for at nulstille fejlkoden og
forsgge at kgre med anleegget igen.

INFORMATION

@
l Hvis der forekommer fejl, vises fejlkoden pa udendgrsenhedens 7-segment-display

og pa brugerinterfacet pa indendgrsenheden.
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26.3.1 Fejlkoder: Overblik

Hvis der vises andre fejlkoder, skal man kontakte forhandleren.

Primaer Arsag Lgsning SVEO®™| svs®
kode
RO- {1 |R32sensorenien af Mulig R32 laekage. Systemet starter v v
indendgrsenhederne har registrerer automatisk genvinding af kglemiddel, sa alt
en kglemiddellaekage'” kglemiddel opbevares i udendgrsenheden.
Efter genvinding af kglemiddel gar systemet i
last tilstand. Leekagen skal repareres, og
systemet skal aktiveres. Se yderligere
information i servicevejledningen.
A0/cH | Fejlisikkerhedssystemet (detektering | Der er sket en fejl, som relaterer til v
af lekage)® sikkerhedssystemet.
Se yderligere information i
servicevejledningen.
CH-0! |Fejl pa R32 sensorenien af Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
indendgrsenhederne® aktuator.
Systemet fortsaetter driften, men den
bergrte indendgrsenhed stopper. Se
yderligere information i servicevejledningen.
CH-02 |R32sensorenien af En af sensorerne har ndet endt levetid og
indendgrsenhederne skal udskiftes'® | skal udskiftes.
Se yderligere information i
servicevejledningen.
CH-05 | R32 sensor 6 maneder fgr endt levetid | En af R32 sensorerne er teet pa endt levetid
i en af indendgrsenhederne og skal snart udskiftes.
CH- 10 | Venter pa bekraeftelse af udskiftning af | Venter pa bekraeftelse af, at R32 sensoren er
R32 sensor fra en af blevet udskiftet i en af indendgrsenhederne.
; ()
indendgrsenhederne Se yderligere information i
servicevejledningen.
£3 = Spaerreventilen pa en|= Abn speerreventilen bade pad gas- og pa v
udendgrsenhed er lukket. vaeskesiden.
= Pafyldt for meget kglemiddel = Genberegn den ngdvendige mangde
kglemiddel ud fra rgrleengden, og korriger
pafyldningsniveauet for kglemiddel ved at
genvinde eventuelt overskydende
kglemiddel med en maskine til genvinding
af kglemiddel.
EH = Spaerreventilen pa en|= Abn sparreventilen bdde pd gas- og pd| v
udendgrsenhed er lukket. vaeskesiden.
= For lidt kelemiddel = Kontroller, om efterfyldning af kglemiddel
er blevet gennemfgrt korrekt. Genberegn
den ngdvendige maengde kglemiddel ud
fra rgrleengden, og efterfyld med en
passende maengde kglemiddel.
£9 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
(Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A) | aktuator.
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Primaer Arsag Lgsning SVEO®  svs®
kode

F3 = Spaerreventilen pa en|= Abn speerreventilen bade pa gas- og pa v

udendgrsenhed er lukket. vaeskesiden.
= For lidt kglemiddel = Kontroller, om efterfyldning af kglemiddel
er blevet gennemfgrt korrekt. Genberegn
den ngdvendige maengde kglemiddel ud
fra rgrleengden, og efterfyld med en
passende maengde kglemiddel.
F& Pafyldt for meget kglemiddel Genberegn den ngdvendige mangde v
kglemiddel ud fra rgrleengden, og korriger
pafyldningsniveauet for kglemiddel ved at
genvinde eventuelt overskydende kglemiddel
med en maskine til genvinding af kelemiddel.
HT Fejl pa fgler omgivende temperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
(R1T) - ALP (X18A) aktuator.

i3 Defekt sensor afgangstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
(R21T): Aben kreds / kortslutning - A1P | aktuator.
(X19A)

5 Fejl pd sensor til registrering af Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
indsugningstemperatur (R3T) - A1P aktuator.
(X30A) (indsugning) / (R5T) - A1P
(X30A) (sekundeer kgling)

G Fejl pa foler vaesketemperatur (spiral) |Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
(R4T) - A1P (X30A) aktuator.

a7 Fgler vaesketemperatur (efter Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
sekundaer kgling HE) fejl (R7T) - A1P aktuator.
(X30A)

49 Fgler gastemperatur (efter sekundaer | Kontrollér forbindelse pa printkort eller v
kgling HE) fejl (R6T) - A1P (X30A) aktuator.
(overhedning)

A Fejl pa hejtryksfgler (SINPH): Aben Kontrollér forbindelse pa printkort eller v

kreds / kortslutning - A1P (X32A) aktuator.

N Fejl pa lavtryksfgler (SINPL): Aben Kontrollér forbindelse pa printkort eller v

kreds / kortslutning - A1P (X31A) aktuator.

LC Transmission udendgrsenhed - Kontrollér forbindelse. v

inverter: INV1 / FAN1
transmissionsproblem

P INV1 asymmetrisk stremforsyning Kontrollér, om strgmforsyningen er inden for

spaending omradet.

uz Utilstraekkelig stremforsyning Kontrollér, om strgmforsyningen er ok. v

L3 Fejlkode: System-testkgrsel endnu ikke | Foretag en testkgrsel af systemet.

foretaget (systemdrift ikke mulig)

L Der er ikke strgmforsyning til Kontroller, om strgmledningerne til v

udendgrsenheden. udendgrsenheden er tilsluttet korrekt.
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Primaer Arsag Lgsning SVEO®™| svs®
kode

] = Forkert sammensatning af system.|Kontrollér, om der er fejl pa andre v

Forkert type indendgrsenheder|indendgrsenheder, og bekraeft at
kombineret (R410A, R407C, RA, osv.) | sammensaetning af forskellige

= Fejl pa indendgrsenhed indendgrsenheder er tilladt.

LA Der er tilsluttet en forkert type Kontrollér den type indendgrsenheder, der v

indendgrsenhed. aktuelt er tilsluttet. Hvis det er en forkert

type, skal de skiftes ud med den rigtige type.

LiH Forkerte forbindelser mellem enheder. | Tilslut enhedsforbindelser F1 og F2 pa den v
tilsluttede BP-enhed korrekt med
udendgrsenhedens printkort (TO BP UNIT).
Kontrollér, at kommunikationen med BP-
enheden er aktiveret.

LF = Spaerreventilen pa en|= Abn speerreventilen bade pad gas- og pa v

udendgrsenhed er lukket. vaeskesiden.

* Rgrene og ledningerne til den|= Kontrollér, om rgrene og ledningerne til
specifikke indendgrsenhed er ikke| den specifikke indendgrsenhed er tilsluttet
tilsluttet korrekt til|  korrekt til udendgrsenheden.
udendgrsenheden.

@ SVEO terminalen er en elektrisk kontakt, som lukker, hvis den viste fejl forekommer.
®) SVS terminalen er en elektrisk kontakt, som lukker, hvis den viste fejl forekommer.
© Fejlkoden vises kun pa brugerinterfacet pa den indendgrsenhed, hvor fejlen forekommer.

26.4 System til detektering af kglemiddellzekage

Normal drift

Under normal drift har fjernbetjeningen udelukkende i alarmtilstand og i
overvagningstilstand ingen funktion. Skaermen pa fjernbetjeningen udelukkende i
alarmtilstand og i overvagningstilstand er slukket. Funktionen pa fjernbetjeningen
kan kontrolleres ved at trykke pa [® knappen til &bning af installationsmenuen.

Kglergr

-0 QO n T QO

C
@ d@ | | e®
‘f__i |

Varmepumpe udendgrsenhed

VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
Fjernbetjening i normal tilstand
Fjernbetjening udelukkende i alarmtilstand
Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)

g Central styreenhed (ekstraudstyr)

Bemaerk: Under opstart af systemet kan fjernbetjeningens tilstand verificeres pa

skaermen.

Lekagedetektering

Hvis R32 sensoren i indendgrsenheden detekterer en kglemiddellaekage, advares
brugeren bade med akustiske og visuelle signaler fra fjernbetjeningen til den
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26 | Fejlfinding

utette indendgrsenhed (og fra overvagnings-fiernbetjeningen, hvis relevant).
Samtidig pabegynder udendgrsenheden genvinding af kglemidlet for at reducere
maengden af kglemiddel i indendgrs-systemet.

Efter genvinding af kglemiddel vises en fejlkode, og enheden er i last tilstand.
Tilbagemelding fra fjernbetjeningen efter laekagedetektering afhaenger af dens
tilstand.

Leekagen skal repareres, og systemet skal aktiveres. Se yderligere information i
servicevejledningen.

ADVARSEL
Enheden har et sikkerhedssystem til registrering af kglemiddellaekage.

For at kunne fungere korrekt SKAL enheden altid veere tilsluttet strgmforsyningen
efter installation, med undtagelse af korte serviceperioder.

a " "
-l | s s
g — b . b ..t
P len | |
al ] c!ilﬂ lc e[
dE—i  dB Kk e@—k
: CrEe
Varmepumpe udendgrsenhed

Kglergr

VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed

Fjernbetjening i normal tilstand

Fjernbetjening udelukkende i alarmtilstand

Fjernbetjening i overvagningstilstand (obligatorisk i visse situationer)

Central styreenhed (ekstraudstyr)

Kglemiddellzekage

Udendgrsenhed fejlkode pa 7-segment-display

Fejlkode 'A0-11' og akustisk alarm og rgdt advarselssignal dannes fra denne
fiernbetjening.

k Fejlkode 'U9-02' vises pa denne fjernbetjening. Ingen alarm eller advarselslamper.
| Fejlkode 'A0-11' og akustisk alarm og rgdt advarselssignal dannes fra denne
overvagnings-fiernbetjening. Enhedens adresse vises pa denne fjernbetjening.

— =30 -n® QO n T O

Bemaerk: Laekagedetekteringsalarmen kan stoppes med fjernbetjeningen og i
appen. Tryk pa s i 3 sekunder for at stoppe alarmen fra fjernbetjeningen.

Bemaerk: Laekagedetekteringen aktiverer SVS output. For yderligere information,
se "20.3 Tilslutning af eksterne outputs" [» 116].

Bemaerk: Et ekstra output-printkort til indendgrsenheden kan tilfgjes som et
output til eksterne enheder. Output-printkortet aktiveres, hvis der detekteres en
lekage. Se det praecise modelnavn i listen med tilbehgr til indendgrsenheden. Fa
yderligere oplysninger om dette ekstraudstyr i installationsvejledningen til det
ekstra output-printkort

Bemaerk: Nogle centrale styreenheder kan ogsa anvendes som overvagnings-
fiernbetjening. Se installationsvejledningen til de centrale styreenheder med
yderligere detaljer om installationen.

BEMARK
R32 kglemiddeleekagesensoren er en halvleder-detektor, som ved en fejl kan

detektere andre stoffer end R32 kglemiddel. Undga at bruge kemiske stoffer (f.eks.
organiske oplgsningsmidler, harspray, maling) i hgje koncentrationer teet pa
indendgrsenheden, da dette kan medfgre, at R32 kglemiddeleekagesensoren ved en
fejl detekterer andre stoffer.
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27 Bortskaffelse

BEMARK
Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af
kglemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med henblik pa genbrug og
genvinding.
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28 Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan veere
tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt). En revideret
komplet udgave af seneste tekniske data er tilgeengelig pa Daikin Business Portal
(autentificering pakraevet).

| dette afsnit

28.1  Plads til servicearbejde: UdeNd@rSENNEd .. ......oioiiiiiiiiiiiii ettt 154
28.2  Rrdiagram: Udend@rSENNEA . ........coiiiiiiiiiiie e 156
28.3  Ledningsdiagram: UdendBISENNEM .. ..ottt 157
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28.1 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed

Sugeside Pa billederne nedenfor er pladskrav til service i sugesiden baseret pa 35°C DB og kgledrift.
Der skal vaere mere plads i fglgende tilfeelde:

= Nar suge-sidetemperaturen regelmaessigt overskrider denne temperaturvaerdi.

= Ndr varmebelastningen pd udendgrsenheden forventes regelmaessigt at overskride maks.
driftskapacitet.

Udlgbsside Vaer opmarksom pa pladskrav til montering af kglergr, nar du placerer enhederne. Hvis din
opbygning ikke svarer til nogle af skitserne nedenfor, skal du kontakte din forhandler.

Enkelt enhed (&J) | Enkel rekke med enheder (@
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
= B — 2100
e, A B,C — 2100|2100 | 2100
B,E — >100 21000 <500
A B CE |— 2150(| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — 2500 (21000 <500
B,D Ho>Hy >100 >500
HpsHy >100 2500
B,D, E Ho>Hy  |Hg<%H, >250 >750 (21000 <500
YsH, <Hg<H, >250 >1000/>1000| <500
Hg>Hy ® 1
HosHy  |Hos¥H, >100 >1000/21000 <500
Y%H <Hp<H, >200 >1000(21000 <500
Hp>Hy ®
A B, C — 2200"| 2300 [=1000
A B CE |— >200"| 2300 |>1000 21000 <500
D — 21000
D, E — 21000|21000| <500
B, D Ho>Hy >300 21000
HosHy  |Hos%Hy 2250 >1500
YaH <Hp<H, 2300 21500
B,D,E Ho>Hy  |Hg<%H, >300 >1000/>1000| <500
¥%Hy<Hg<H, 2300 >1250(21000| <500
Hg>Hy ® 1+2
HosHy  |Hos¥H, >250 >1500(21000 <500
Y%sH <Hp<H, 2300 >1500|21000 <500
Hp>H, ®

) Der skal veaere en sideveerts afstand pd =250 mm mellem enhederne, s& de er
lettere at vedligeholde.

A,B,C,D Forhindringer (vaegge/prelplader)
E Forhindring (tag)
a,b,c,d,e Min. serviceafstand mellem enhed og forhindringer A, B, C, D og E
e, Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod
forhindring B
e, Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod
forhindring D
H, Hgjde pa enheden
Hg,H, Hgjde pa forhindringer B og D
1 Tetn bunden af monteringsrammen, sa udledt luft ikke ledes tilbage til
indsugningssiden gennem bunden af enheden.

2 Der kan maksimalt installeres to enheder.
O Ikke tilladt
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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el
Flere reekker med enheder E'ﬁﬁ:'

Hg Hy b [mm]
Hg<1%H, b=2250
Y2Hy<HgsH, b=300
Hg>H, (N

@ Der skal veaere en sideveerts afstand p3 =250 mm mellem enhederne, s& de er
lettere at vedligeholde.

. EEEI
Stablede enheder (maks. 2 niveauer) (E @3 1¥)

EJEJE] A1 A2
[ERENEN ™

EREREN
EREREN

B1 B2

ENENEN
ENENEN

@ Der skal veaere en sideveerts afstand pd =250 mm mellem enhederne, s& de er
lettere at vedligeholde.

A1=>A2 (A1) Hvis der er risiko for, at draenvand kan dryppe og fryse mellem gvre og nedre
enheder...
(A2) Montér et daek mellem gvre og nedre enheder. Montér den gverste enhed sa
hgjt over den nederste enhed, at der ikke dannes is pa den gverste enheds
bundplade.

B1=>B2 (B1) Hvis der ikke er risiko for, at dreenvand kan dryppe og fryse mellem gvre og
nedre enheder...
(B2) Det er ikke n@dvendigt at montere et daek, men man bgr taetne spraekken
mellem gvre og nedre enhed, sa udledt luft ikke ledes tilbage til indsugningssiden
gennem bunden af enheden.
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28.2 Regrdiagram: Udendgrsenhed

Y2E M1F

b
a Vaske Termomodstande:
b Gas R1T Termomodstand (omgivende temperatur)
¢ Pafyldningsabning R3T Termomodstand (sugning)
d Servicedbning R4T Termomodstand (vaeske)
e Sparreventil R5T Termomodstand (sekundaer kgling)
f Kglemiddelfilter R6T Termomodstand (overhedning)
g Envejs-ventil R7T Termomodstand (varmeveksler)
h Overtryksventil R10T Termomodstand (lamel)
i Printkort kgling R21T Termomodstand (afgang)
j Varmeveksler med dobbelt rgr
k Fordeler Kglemiddelflow:
I Varmeveksler —  Kgling
m  Akkumulator = Opvarmning
n Damper
o Kapillarrgr
p Kompressor akkumulator
M1C Kompressor
M1F Blaesermotor
S1PH Hgjtrykskontakt
SINPL Lavtrykssensor
SINPH Hgjtrykssensor
Y1E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM1)
Y2E Elektronisk ekspansionsventil (EVT)
Y3E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM?2)
Y4E Elektronisk ekspansionsventil (EVL)
Y5E Elektronisk ekspansionsventil (EVSL)
Y6E Elektronisk ekspansionsventil (EVSG)
Y1S 4-vejs ventil
Referencevejledning vedrgrende montering og brug 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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28.3 Ledningsdiagram: Udendgrsenhed

Ledningsfgringsdiagrammet leveres med enheden og sidder pa indersiden af
servicedaekslet.

Symboler:

X1M Hovedterminaler

—— Jordforbindelse

15 Ledning nummer 15

——————— Ledning pa stedet

Dl | @ Kabel pa stedet

©) Flere muligheder for ledningsforbindelse
| Ekstraudstyr

Lo Ikke monteret i el-boks

Eo ] Ledningsfering afhaengigt af model

L 1 Printkort

Forklaring pa ledningsdiagram (enkeltfase-modeller V1):

Al1P Printkort (primeer)

A2P Printkort (sekundaer)

A4P Printkort (kgle/varme-veelger)

BS* (A1P) Trykknapper (tilstand, indstille, retur, test, nulstille)

DS* (A1P) DIP-omskifter

E1H Bundpladevarmer (ekstraudstyr)

E1HC Opvarmning af hus

F1U (A1P) Sikring (M 56 A / 250 V)

F1U (A2P) Sikring (T 3,15 A /250 V)

F1U Sikring (T 1,0 A/ 250 V)

F2U (A1P) Sikring (T 6,3 A/ 250 V)

F3U (A1P) Sikring (T 6,3 A/ 250 V)

F6U (A1P) Sikring (T 5,0 A/ 250 V)

HAP (A1P) Lysdiode drift (servicemonitor grgn)

K*M (A1P) Kontaktor pa printkort

K*R (A*P) Relee pa printkort

M1C Motor (kompressor)

M1F Motor (blaeser)

PS (A*P) Strgmforsyning med omformer

Q1 Overbelastningskontakt

Q1Dl Fejlstremsafbryder (medfglger ikke)

R1T Termomodstand (omgivende temperatur)
RXYSA4~6B7V/Y1B P DAIKIN Referencevejledning vedrgrende montering og brug
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R3T Termomodstand (sugning)

R4T Termomodstand (vaeske)

R5T Termomodstand (sekundaer kgling)
R6T Termomodstand (overhedning)
R7T Termomodstand (varmeveksler)
R10T Termomodstand (lamel)

R21T Termomodstand (afgang)

R*T PTC termomodstand

SINPH Hgjtrykssensor

SINPL Lavtrykssensor

S1PH Hgjtrykskontakt

S1S Kontakt til luftstyring (ekstraudstyr)
S2S Kontakt til kgle-/varmevaelger (ekstraudstyr)

SEG* (A1P) 7-segment-display

SFB Mekanisk blaeser fejlindlaesning (medfglger ikke)
V1R, V2R (A1P) IGBT effektmodul

V3R (A1P) Diodemodul

X*A Printkort forbindelsesstik

X*M Klemraekke

X*Y Stik

Y1E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM1)
Y2E Elektronisk ekspansionsventil (EVT)

Y3E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM?2)
YAE Elektronisk ekspansionsventil (EVL)

Y5E Elektronisk ekspansionsventil (EVSL)

Y6E Elektronisk ekspansionsventil (EVSG)

Y1S Magnetventil (4-vejs ventil)

Y3S Fejl drifts-output (SVEQ) (medfglger ikke)

Y4S Laekagesensor output (SVS) (medfglger ikke)
7*C Stgjfilter (ferritkerne)

Z*F (A*P) Stgjfilter

Forklaring pa ledningsdiagram (trefase-modeller Y1):

Al1P Printkort (primeer)
A2P Printkort (sekundaer)
A4P Printkort (kgle/varme-veelger)
A5P Printkort (stgjfilter)
BS* (A1P) Trykknapper (tilstand, indstille, retur, test, nulstille)
C* (A1P) Kondensatorer
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DS* (A1P) DIP-omskifter

E1H Bundpladevarmer (ekstraudstyr)
E1HC Opvarmning af hus

F1U (A1P) Sikring (T 6,3 A/ 250 V)

F1U (A2P) Sikring (T 3,15 A/ 250 V)

F1U Sikring (T 1,0 A/ 250 V)

F6U (A1P) Sikring (T 6,3 A/ 250 V)

F7U (A1P) Sikring (T 5,0 A/ 250 V)

HAP (A1P) Lysdiode drift (servicemonitor grgn)

K*M (A1P) Kontaktor pa printkort

K*R (A*P) Relee pa printkort

L1R (A*P) Reaktor

M1C Motor (kompressor)

M1F Motor (blaeser)

PS (A*P) Strgmforsyning med omformer

Ql Overbelastningskontakt

Qi1DI Fejlstremsafbryder (medfglger ikke)
R* (A*P) Modstand

R1T Termomodstand (omgivende temperatur)
R3T Termomodstand (sugning)

RAT Termomodstand (vaeske)

R5T Termomodstand (sekundaer kgling)
R6T Termomodstand (overhedning)
R7T Termomodstand (varmeveksler)
R10T Termomodstand (lamel)

R21T Termomodstand (afgang)

R*T PTC termomodstand

SINPH Hgjtrykssensor

SINPL Lavtrykssensor

S1PH Hojtrykskontakt

S1S Kontakt til luftstyring (ekstraudstyr)
S2S Kontakt til kgle-/varmeveelger (ekstraudstyr)

SEG* (A1P) 7-segment-display

SFB Mekanisk blaeser fejlindlaesning (medfglger ikke)
V*D Diodemodul
V1R, V2R (A1P) IGBT effektmodul
V3R (A1P) Diodemodul
X*A Printkort forbindelsesstik
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X*M Klemraekke
X*Y Stik
Y1E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM1)
Y2E Elektronisk ekspansionsventil (EVT)
Y3E Elektronisk ekspansionsventil (primaer — EVM?2)
YAE Elektronisk ekspansionsventil (EVL)
Y5E Elektronisk ekspansionsventil (EVSL)
Y6E Elektronisk ekspansionsventil (EVSG)
Y1S Magnetventil (4-vejs ventil)
Y3S Fejl drifts-output (SVEQ) (medfglger ikke)
Y4S Laekagesensor output (SVS) (medfglger ikke)
Z*C Stgjfilter (ferritkerne)
Z*F (A*P) Stgjfilter
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29 Ordliste

Forhandler
Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatgr
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller
bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
En virksomhed, der kan udfgre eller koordinere den ngdvendige
vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning
Installationsvejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med
forklaring pa installation, opsaetning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning
Vejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring pd
anvendelse.

Instruktioner vedrgrende vedligeholdelse
Vejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring
(hvis relevant) pa installation, opsatning, anvendelse og/eller
vedligeholdelse.

Tilbehgr
Meerkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen
med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den
tilhgrende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med
produktet i henhold til anvisningerne i den tilhgrende dokumentation.

Medfglger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med
produktet i henhold til anvisningerne i den tilhgrende dokumentation.
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