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1 | Tietoa tasté asiakirjasta

1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

TIETOJA

[ J

l Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttdjien kayttoon
liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

- Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta

- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikdn asennus- ja kdyttéopas:

- Asennus- ja kdyttoohjeet

- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan ja kayttajan viiteopas:

- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskdyttoon ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja
on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperdiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperaisten
ohjeiden kaannoksia.

1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmadisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

> B> P

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

>

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

>

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

A\
A
®

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

1

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

(3]

Lue asennus- ja kdyttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

L

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

Yksikko sisaltda pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kadytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "® 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",

i

[Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "= 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

RXYSA4~6B7V/Y1B
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

Tassa luvussa

2.1 Asentajalle

2.1.1 VYleista

2.1 AASEINTAJAIIE. ..ttt a et et st oAk eh kst R et s ke n ks ettt s et skttt n et ne s

211
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Yleistd

Asennuspaikka
Kylmaaine — R410A tai R32
Sahkaéinen

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

= ALA koske kylm&aineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytdn aikana tai
heti kayton jalkeen. Ne voivat olla lilan kuumia tai liian kylmid. Anna niiden
palautua normaaliin lampotilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineita.

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylm3ainetta.

VAROITUS

Varusteiden tai lisdlaitteiden vaaranlainen asentaminen tai liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Kayta VAIN varusteita, lisdvarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyvaksynyt, ellei toisin mainita.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tdyttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).

VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

VAROITUS

Huolehdi siitd, etta pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkod suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.

HUOMAUTUS

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

>B BB B P

HUOMAUTUS

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiiped yksikén paalle tai istu tai seiso sen paélla.

HUOMIO
Ulkoyksikkoon tehtavat tyot on paras tehda kuivassa sadssa vedeltd suojautumista

varten.

Sovellettavien lakisddteisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintdan seuraavat tiedot TAYTYY merkita tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.1.2 Asennuspaikka

= Varmista, ettd yksikdn ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.

= Varmista, ettd yksikk®d on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sahkdmagneettisia  aaltoja  sateilevida laitteita.

Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

2.1.3 Kylmaaine — R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kadyttGoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisatietoja.

i VAARA: RAJAHDYSVAARA

Y
L< Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmaaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kdytd vyksikén automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmastd ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmad, jotta yksikén kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikdn nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

> B

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

® Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

= Jos kylmdainekaasua padsee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA pa&std suoraan ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma
tyhjiopumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettda jdrjestelmdssa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikéali happea
padsee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisd3 kylmé&ainetta enempaa kuin mairitetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylmaainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
madaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja litdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

QDo o B P

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

= Jos lisdys on tarpeen, katso tietoja yksikon nimikilvestd tai kylmaaineen

lisdystarrasta. Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Olipa yksikkd on taytetty tehtaalla kylmaaineella tai ei, molemmissa tapauksissa

kylmdainetta taytyy ehka lisatd jarjestelman putkien kokojen ja pituuksien

mukaan.

= Kayta VAIN jarjestelmassa kdytetylle kylmdainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,

jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien pdaseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Taytd nestekylmaaine seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissd on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Taytd kylmaaine nestemuodossa. Sen lisddminen kaasuna voi estda normaalin
toiminnan.

HUOMAUTUS
Kun kylméaaineen liséaminen on valmis tai keskeytetdan, sulje kylmaainesailion

venttiili heti. Jos venttiilia El suljeta heti, jaljella oleva paine voi tayttaa lisaa
kylmdainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmaaineen maara.

2.1.4 Sahkoinen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= KATKAISE kaikki virransyotét ennen kytkinrasian kannen irrottamista,

sahkojohtojen kytkemista tai sahkoosien koskettamista.

® Irrota virransyottd vahintdadn 10 minuutiksi ja mittaa jannite pdavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistd tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea séhkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkdosiin marilla kasilla.

ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAROITUS
Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY

asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan IlI
ehtojen mukaisesti.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus vastaa kansallisia sdahkoasennuksia koskevia
madrayksia.

Kenttiajohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentdkaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT paise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sahkoiskun.

Yksikén kayttd edellyttda erillista, sille varattua virtaldhdetts. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

= Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehda, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkaoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sahkoosa ja
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kdynnistat yksikon.

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottdéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siinad
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:
VN VN
[ [ ) oo @
v X X

= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (Idysit sahkéjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketdan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristdmiseen sopivaa ruuvimeisselid. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa paata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vahintdadn 1 metrin padhan televisioista ja radioista hairididen
estdamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys El valttamatta riita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMIO
Pitee VAIN silloin, kun virransydttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jadlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kadynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Asennuspaikka (katso "17.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 68])

VAROITUS
Noudata tassa oppaassa olevia huoltotilan mittoja yksikon oikeaa asennusta varten.

Katso "28.1 Huoltotila: Ulkoyksikko" [» 152].

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kaytossa; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikko (sekd sisa- etta ulkoyksikko) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

Yksikén avaaminen ja sulkeminen (katso "17.2 Yksik&n avaaminen ja
sulkeminen" [» 72])

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

> P

Ulkoyksikon kiinnittdminen (katso "17.3 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 73])

VAROITUS

Ulkoyksikkd — taytyy kiinnittda tdman oppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"17.3 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 73].

>

Kylmaaineputkiston liittaminen (katso "18.2 Kylmaaineputkiston
liittdminen" [» 82])

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jadnyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Jos naitd ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja tai
henkilévahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

VAROITUS

QO

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

> P

Sulkuventtiiliin jadanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

HUOMAUTUS

ALA paasta kaasuja ilmakehaan.

VAROITUS

Huolehdi siita, ettda pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkod suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.

@ B P

HUOMIO

ALA koskaan asenna kuivainta tdhan yksikkddn, jotta sen kayttoika voitaisiin taata.
Kuivausaine saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

Kylmaaineen taytto (katso "19 Kylmaaineen tayttd" [» 97])

>

VAROITUS

= Yksikon sisdlla oleva kylmdaine on lievdsti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoaineldmmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= Al kaytid yksikkdéd ennen kuin huoltohenkild on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmdainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

Kylmaaineen tayttd tdytyy suorittaa tdman oppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"19 Kylmaaineen taytto" [» 97].

> B

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksia ja
onnettomuuksia.

= R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA paasta naita kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja suojalaseja.

Sdhkodasennus (katso "20 Sahkoasennus" [» 106])

A

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien séhkéasennusten
on taytettava soveltuvan lainsdadannon maaraykset.

VAROITUS

Sahkojohdotuksen tulee olla tdmdn oppaan ohjeiden mukainen. Katso
"20 Sahkoasennus" [» 106].

A
A

VAROITUS

Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS
= Jos virransy6tolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Al4 vaihda L- ja N-vaihejohtimien paikkoja, yksikké vaurioituu.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

Kiinnita sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssda on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentda suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan patevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

HUOMAUTUS

ALA tydnn4 tai jata tarpeettoman pitkid kaapeleita yksikkéon.

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kadyttdmalla johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

>B> P

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

Kayttoonotto (katso "23 Kayttéonotto" [» 137])

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

Koekayttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisayksikkod toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

> P

Vianetsintd (katso "26 Vianetsinta" [» 145])

VAROITUS

® Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, ettd yksikké on irrotettu
verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

>

= Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vieldkadn saa selville vian syyta, soita jdlleenmyyjallesi.

VAROITUS

Valta vaarat vahingossa tapahtuvan lampo6suojan nollaamisen varalta: tahan
laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sitd saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

>
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3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten

Yksikon sisalla oleva kylmdaine on lievasti tulenarkaa.

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritd
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etté jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sdilyttaa niin, ettd valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin),
ja huoneen koon tulee olla alla olevan maarityksen mukainen.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja
sovellettavaa lainsaadantoa (esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksid) ja etta niita
suorittavat VAIN valtuutetut henkilot.

VAROITUS

® Ryhdy varotoimiin kylmaaineputkiston liiallisen térinan tai painevaihtelun
estamiseksi.

> B P

* Suojaa suojalaitteet, putket ja kiinnikkeet mahdollisimman hyvin haitallisilta
ymparistovaikutuksilta.

= Jatad tilaa pitkien putkistojen laajentumista ja supistumista varten.

= Suunnittele ja asenna jadhdytysjarjestelmien putket niin, ettd minimoidaan
jarjestelmaa vaurioittavan hydraulisen iskun todennakaoisyys.
= Kiinnita sisalaitteisto ja -putket tukevasti ja suojaa ne, jotta valtetaan laitteiston

tai putkien puhkaiseminen vahingossa, kun esim. siirretddan huonekaluja tai
suoritetaan saneeraustoita.

VAROITUS

Jos yksi tai useampi huone on yhdistetty yksikkoon kanavajdrjestelmaa kayttamalla,
varmista, etta:

= toimivia syttymisldhteitd ei ole (esimerkki: avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin), mikali lattiapinta-ala on
pienempi kuin minimilattiapinta-ala A (m?).

= kanaviin ei ole asennettu lisalaitteita, jotka voivat olla mahdollisia syttymislahteita
(esimerkki: kuumat pinnat, joiden lampatila ylittaa 700°C, ja sahkokytkentélaite);

= kanavissa kaytetaan vain valmistajan hyvaksymia lisélaitteita;

®= ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen kanavalla. Al3
kayta tiloja, kuten riippuvaa sisakattoa, ilman tulo- tai poistoaukon kanavana.

VAROITUS

Turvasulkuventtiileja ei saa nollata, ennen kuin huone on tuuletettu. Nollaaminen
saattaa vapauttaa lisaa tulenarkaa kylmaainetta huoneeseen.
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HUOMAUTUS
ALA  kdytd mahdollisia sytytysldhteitd kylm&ainevuotojen etsimiseen tai

tunnistamiseen.

HUOMIO
= Al3 kdyta uudelleen aiemmin kaytettyja liitoksia ja kuparitiivisteita.

= Asennuksen aikana kylmaainejarjestelman osien valiin tehtyihin liitoksiin tulee
paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten.

Katso kohdasta "16.3 Tayttorajoituksen maarittdminen" [» 60], tayttdako
jarjestelma tayton rajoitusvaatimuksen.
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4 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Tassa luvussa

4.1 YTEISTA .t h e E bbbttt 20
4.2 Ohjeet tUrVallista KAYTTOE VAITEN.......cioiiiiitiieee ettt ettt a et s ettt ettt ettt s st et sb s ese e 21

4.1 Yleista
VAROITUS
Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kdytetaan, ota yhteyttd asentajaan.
VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttad vahintdan 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietdmystd, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.
ALA anna lasten leikkid laitteella.
Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kdyttajan huoltoa ilman valvontaa.
VAROITUS
Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkod, jos katesi ovat marat.
= ALA aseta mitdadn vettd sisdltavia astioita yksikon paalle.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiiped yksikén paille tai istu tai seiso sen paélla.
= Yksikoissa on seuraava symboli:
|
Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Ald yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmdn purkaminen
sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden materiaalien kdsitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtdvaksi sovellettavien lakisddteisten maardysten
mukaisesti.
Yksikdt TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttda,
kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamdan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysyd lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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4 | Kayttajan turvallisuusohjeet

= Paristoissa on seuraava symboli:

)34

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisdltdd raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdva  erikoistuneessa  kdsittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siitd, ettd kaytetyt paristot havitetdan

asianmukaisesti, autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle
ja ihmisten terveydelle.

4.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

VAROITUS

Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantdldpan ollessa
toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMAUTUS

ALA kiyta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkkya.
Yksikkoon voi kerdaantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkiloiden terveyden.

HUOMAUTUS

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittdvasti, jos polttimen sisaltavaa
laitetta kdytetaan yhdessa jarjestelman kanssa.

VAROITUS

Tama yksikko sisaltaa sahkoisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kdyttdd, ettd asentaja on suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS

Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantdldpan ollessa
toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

> BB B P
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HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédnmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked paakytkin pois paalta ennen minkdan huoltotoimenpiteen
suorittamista.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkaan kesténeen kayton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiesta
suorittamaan nama tyot.

VAROITUS

Al4 koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on v&&ra ampeeriarvo,
tai muuta johtoa. Rautalangan tai kuparijohdon kayttdminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS

= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoa itse, silla
virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

> B BB B P

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
tdysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylm3aainekierron osia.

= ALA kidytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etta jarjestelmassa oleva kylmdaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymisléhteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimid suoraan ilmavirralle.

VAROITUS

Yksikossa on kylmaainevuodon tunnistusjarjestelma turvallisuuden takia.

> B

Jotta yksikko olisi tehokas, sen tdytyy saada sahkovirtaa koko ajan asennuksen
jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.
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5 Tietoja

jarjestelmasta

VRV 5-S kayttdd R32-kylmdaainetta, jonka luokitus on A2L ja joka on lievasti
tulenarkaa. Jaahdytysjarjestelmien lisatiiviysvaatimusten ja  julkaisun IEC
60335-2-40 vaatimusten noudattamista varten asentajan on ryhdyttdva
lisdtoimenpiteisiin.  Katso lisatietoja kohdasta "3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta
kayttavia laitteita varten" [» 17].

Taman VRV 5-S -lampopumppujarjestelman sisdyksikkbosaa voidaan kayttaa
lammitys/jaahdytyssovelluksissa.  Kaytettdvan  sisayksikon  tyyppi  riippuu
ulkoyksikoiden sarjasta.

VRV -lampopumppujdrjestelmdan voidaan vyleensd liittda seuraavan tyyppisia

sisayksikoita (luettelo ei ole kattava ulkoyksikon ja sisayksikon malliyhdistelmien

mukaan):

= VRV direct expansion -sisayksikot (ilma-ilma-sovellukset). Huomautus: Usean
kayttdjan vaihtoehtoa ei sallita sisdyksikdille, jotka on yhdistetty RXYSA4~6-
yksikoihin.

= EKVDX (ilma-ilma-sovellukset): VAM-J8 tarvitaan.

= AHU (ilma-ilma-sovellukset): EKEXVAsarja ja EKEACBVE-rasia tarvitaan.

= |Imaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisdtietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

VAROITUS
= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla

virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

= Jos kylmdainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmdaine on
tdysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd pddsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on

korjattu.

HUOMIO
Ald kayta jarjestelmaa muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen vélttdmiseksi &la

kayta vyksikkéa tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaahdytykseen.

HUOMIO

Jarjestelman myohemmat muutokset tai laajennukset:

©

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmistd (jarjestelman myohempaa laajennusta
varten) on saatavana teknisissa rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda
asentajalta lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

HUOMIO
Teknisten huoneiden, kuten palvelinhuoneiden ja datakeskusten, joita taytyy

jaahdyttaa ympari vuoden, jaahdyttaminen El ole sallittu.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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5.1 Jarjestelman sijoittelu

i

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmadsi asettelua.

b b

i@

1
[EEEE)

=t
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@

Lampopumppu, ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaddin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaddin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)
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6 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tdssa kdyttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteista
on kyseisen sisdyksikon asennus- ja kdyttooppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttdohje.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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/ Kaytto
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7.1 Ennen kayttoa

VAROITUS

Tama yksikko sisaltaa sahkoisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kdyttoa, ettd asentaja on suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS
Yksikdssa on kylmdainevuodon tunnistusjarjestelma turvallisuuden takia.

Jotta yksikko olisi tehokas, sen taytyy saada sahkovirtaa koko ajan asennuksen
jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioitd. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédnmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiesta
suorittamaan nama tyot.

© B B BPBPP

Tama kayttoopas koskee alla mainittuja jarjestelmia, joissa on standardiohjaus.
Ennen kayttéonottoa ota yhteys jalleenmyyjdan saadaksesi tiedot oman
jarjestelmasi tyyppida ja merkkid vastaavasta toiminnasta. Jos laitteessasi on
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mukautettu ohjausjdrjestelma, pyyda jalleenmyyjalta omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

Toimintatilat (sisayksikon tyypin mukaan):
= Lammitys ja jadhdytys (ilma-ilma).
= Vain tuuletin -kaytto (ilma-ilma).

Tarkoitukseen suunniteltuja toimintoja on sisdyksikdn tyypin mukaan, katso
lisdtietoja vastaavasta asennus/kayttdoppaasta.

7.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kdyta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Jaahdytys Lammitys
Ulkolampatila —5~46°C DB —-20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Sisdlampotila 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisdilman kosteus <80%"

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikdsta. Jos ilman lampétila tai kosteus
on mainittujen rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite
valttamatta toimi.

Ylla oleva toiminta-alue patee vain siind tapauksessa, ettd VRV 5-S -jarjestelmaan
on liitetty direct expansion -sisayksikoita.

AHU-yksikoitd kdytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on ilmoitettu
vastaavan yksikon asennus/kayttdoppaassa. Uusimmat tiedot ovat teknisissa
rakennetiedoissa.

7.3 Jarjestelman kayttaminen

7.3.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kayttdtoiminnot vaihtelevat ulkoyksikon ja kayttoliittyman yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke pdavirtakytkin pdalle 6 tuntia
ennen kayttéonottoa.

= Jos padvirtakytkin kytketddn pois paalta kayton aikana, kayttd alkaa
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

7.3.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytosta

= Vaihtoa ei voi tehda kadyttoliittymassd, jonka naytdssa nakyy "keskusohjattu
vaihto" (katso kayttoliittyman asennus- ja kayttoohje).

= Jos nadytdssad vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso "7.6.1 Tietoja
paakayttoliittyman asettamisesta" [» 32].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun lammityskdytté on
paattynyt.

= Huoneldmpotilasta riippuen ilmavirran nopeus voi sdatyd automaattisesti tai
tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole vika.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.3.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampotilan saavuttaminen voi kestda lammityskdytdssa pidempaan kuin
jaahdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai kylmada ilmaa ei
puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytossa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen lisdantyy ajan
mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja
jarjestelman taytyy siirtya jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikdn
kierukasta. Jaanpoiston aikana sisayksikdn puolen lammitysteho laskee tilapaisesti,
kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi lammitysteho palaa jaanpoiston
jalkeen.

Sisayksikkd pysayttdaa tuuletinkdyton, kylmdainejakson suunta vaihtuu ja
ulkoyksikon kierukan jadnpoistoon kaytetdan energiaa rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisayksikon naytossa kuvakkeella FIEH.

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisayksikon puhallin on automaattisesti pysahtyneena;
nain estetddan kylman ilman virtaaminen yksikdsta sisatiloihin. Kayttoliittyman
naytossa nakyy BB, Voi kestaa jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy. Tama
ei ole vika.

TIETOJA

[ ]

l = Lammitysteho laskee, kun ulkoilman lampétila putoaa. Jos nain tapahtuu, kayta
toista lammitintd yhdessa yksikon kanssa. (Kdytettdessa yhdessd avotulta
tuottavien laitteiden kanssa tuuleta huonetta jatkuvasti.) Ald aseta avotulta
tuottavia laitteita yksikosta tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai
yksikon alapuolelle.

® Huoneen lampidaminen yksikon kaynnistyksen jalkeen kestaa jonkin aikaa, koska
jarjestelma kayttaa kuumailmakiertojarjestelmaa koko huoneen lammittamiseksi.

® Jos kuuma ilma nousee kattoon ja jattaa lattian ylapuolella olevan alueen
kylmaksi, kannattaa kayttaa kierratinta (sisatuuletinta, joka kierrattaa ilmaa). Kysy
lisatietoja jalleenmyyjalta.

7.3.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkinta)

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse
haluttu toimintatila.

# Jadhdytystoiminta
® Lammitystoiminta
@ Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.3.5 Jéarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen KANSSA)

Etdvaihtokytkimen yleiskuvaus

a a  PELKAN TUULETINKAYTON/ILMASTOINNIN
VALINTAKYTKIN
6 Aseta kytkin asentoon &, kun haluat kayttaa

l

pelkkaa tuuletinta tai asentoon ®, kun haluat
ldmmitysta tai jaahdytysta.
b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin asentoon # jaihdytysta varten tai
asentoon *#: |[ammitysta varten

i

Huomautus: Jos kaytetadn jaahdytyksen/lammityksen  etdvaihtokytkintd,
paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytked ON-asentoon.

Kaynnistys

1 \Valitse toimintatila jaahdytyksen/lammityksen  vaihtokytkimen avulla
seuraavasti:
Jaahdytystoiminta Lammitystoiminta Vain tuuletin -toiminta

e
B N
ot

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.
Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Ald kytke yksikéstd virtaa pois heti sen pysdhdyttyd, vaan odota vahintiadn

5 minuuttia.

Sadtaminen

Katso kayttoliittyman kayttoohjeesta tietoja lampotilan, tuulettimen nopeuden ja
ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

7.4 Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentdd huoneilman kosteutta pudottamalla
mahdollisimman vahan lampdtilaa (huoneen minimaalinen jaahdytys).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Mikrotietokone madarittdd automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen nopeuden
(niita ei voi asettaa kayttoliittymalla).
= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampdtila on alhainen (<20°C).

7.4.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkinta)

Kaynnistys

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse ()
(huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 32].

Pysaytys
4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Alad kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.

7.4.3 Kuivausohjelman kayttaminen (jaghdytyksen/lammityksen etédvaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys
1 Valitse jaahdytystoiminta jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen
avulla.
Y

2 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse ()
(huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 32].

Pysaytys
5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Alad kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysdhdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.
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7.5 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kdyttoohje.

7.5.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

@Q\? J \ Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot
/U] q Seinan kiinnitettavat yksikot
(AR

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolld olevasta, koska
mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

Jadhdytys Lammitys
= Kun huoneenlampétila on alhaisempi| = Kayttoa aloitettaessa.
kuin asetettu lampotila. = Kun huoneen lampétila on korkeampi

kuin asetettu lampdtila.
= Jadnpoistotoiminnon aikana.

= Kaytettdessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan kiinnitetyn yksikon jaahdytyksen aikana
kaytetdan jatkuvaa kayttéd ja alas suunnattua ilmavirtaa, mikrotietokone
saattaa ohjata virtaussuuntaa, jolloin myos kayttoliittyman ndyttd muuttuu.

[lmavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= |Imavirran saatolappa saataa itse asentoaan.
= Kayttdja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

o
= Automaattinen \/ja haluttu asento /.

VAROITUS
Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantdldpan ollessa

toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMIO
® Ldpan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta. (vain

kaksoisvirtaus, monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seindkiinnitetty).

= Valta kayttamasta vaakasuoraa suuntaa »=-=. Se saattaa aiheuttaa kosteuden tai
polyn kiinnittymista kattoon tai lappaan.

7.6 Paakayttoliittyman asettaminen

7.6.1 Tietoja paakadyttoliittyman asettamisesta

° TIETOJA
l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Lampdpumppu, ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)

-0 Q0 T QO

Kun jarjestelma on asennettu ylla olevan kuvan mukaisesti, yksi kayttoliittyma pitaa
asettaa paakayttoliittymaksi.

Alakayttoliittymissa nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne noudattavat
automaattisesti paakayttoliittyman asettamaa toimintatilaa.

Lammitys tai jaahdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla (jaahdytyksen/
l[ammityksen isdnnyys).

7.6.2 Paakayttoliittyman madrittaminen

1 Paina nykyisen paakayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta 4 sekunnin
ajan. Jos tatd menettelyd ei ole vield suoritettu, se voidaan suorittaa
ensimmaiselld kaytettavalla kayttoliittymalla.

Tulos: Kaikkien samaan ulkoyksikkoéon liitettyjen alakayttoliittymien nadytdissa
vilkkuu symboli (keskusohjattu vaihto).

2 Paina toimintatilan valintapainiketta siind kaukosdatimessd, jonka haluat
maarittas paakayttoliittymaksi.
Tulos: Taman jalkeen maaritys on valmis. Valittu kayttoliittyma maarataan
paakayttoliittymaksi, ja ndytdssa nakynyt symboli (keskusohjattu vaihto)
katoaa nakyvista. Muiden kayttoliittymien naytoissa nékyy (keskusohjattu
vaihto).

Katso kayttoliittyman kayttéohje.
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8 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

= S3ada ilman ulostulo oikein ja valtd suoraa ilmanvirtausta padin huoneessa
oleskelevia ihmisia.

= S4ada huonelampotila oikein parasta oleskelumukavuutta silmallapitdaen. Valta
liiallista lammitysta tai jddhdytysta.

= Estd suoran auringonvalon padsy huoneeseen jaahdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestdva kadyttd vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

= Pidad ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mika heikentaa jaahdytyksen tai lammityksen tehoa.

= Al jadhdytd tai lammitd likkaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sdastamaan energiaa.

= Ald koskaan aseta mitddn esinettd vyksikdén ilman sisddanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdad lammitys/jaghdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

= Kdanna paavirtakytkin pois-asentoon, kun yksikkoa ei kaytetd pitkahkoon aikaan.
Mikali kytkin on paalld, laite kuluttaa sahkoa. Kytke virta 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistystd, jotta yksikkd toimii oikein. (Katso sisayksikon
kayttdoppaan kohta "Huolto".)

= Kun naytolld nakyy symboli & (ilmansuodatin pitda puhdistaa), pyyda patevaa
huoltomiesta puhdistamaan suodatin. (Katso sisayksikon kayttdoppaan kohta
"Huolto".)

= Pidd sisdyksikko ja kaukosadddin vahintdan 1 m:n pdassa televisioista, radioista,
stereoista ja muista vastaavista laitteista. Muuten seurauksena voi olla hairioita
danessa tai kuvassa.

= ALA aseta sisdyksikon alle esineitd, silla vesi voi vaurioittaa niita.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Tdssa  lampdpumppujdrjestelmdssa  on  edistynyt  energiansdastotoiminto.
Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansdastda tai mukavuustasoa.
Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan optimaalinen tasapaino
energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetdan lyhyesti alla. Jos tarvitset neuvoja tai
haluat muuttaa parametreja rakennuksen tarpeiden mukaisiksi, ota yhteytta
asentajaan tai jalleenmyyjaan.

Asennusoppaassa on tarkempia tietoja asentajalle. Han voi auttaa saavuttamaan
parhaan tasapainon energiankulutuksen ja mukavuuden valilla.

Tassa luvussa

8.1 Kaytettavissd olevat kylmaaineen talteenottoMENETLEIVE ..o.iiiiiiiicccc s 35
8.2 Kaytettavissa olevat MUKAVUUSASETUKSET. ... ..ciiiiiiiie ettt ettt en 35
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmaaineen lampdtila on sama tilanteesta riippumatta.

Automaattinen

Kylmdaineen ldampdétila asetetaan ulkoldampétilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatdmistad vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampdtilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelma on jadhdytystilassa, jadhdytystd ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila
on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmaaineen lampoétilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Hyvin herkka/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampoétila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytdssa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikoiden valintamenetelma on tarked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettavissd oleva teho ei ole sama kuin peruskdytdssa.

Kysy asentajalta lisatietoja hyvin herkista sovelluksista.

8.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kaytetdan tietyn
huonelampotilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampoétilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

= Tehokas

= Nopea

= Mieto

= Eko

RXYSA4~6B7V/Y1B
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9 Kunnossapito ja huolto

Tassa luvussa

9.1 Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia varotoiMmenpIteIta ... ....oooirieiiiiicice e 36
9.2 Tietoja kylmaaineesta. ... 36
9.3 [ 8Te] 1T e X= 112 LU ST SRSPRRO 37
9.3.1 Suositeltava KUNNOoSSaPito Ja TArKASTUS. .....c.iiiiiieiiiciiice ettt 37
932 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastUSVAlIT ... ....ccviiiriiic e 37
933 Lyhennetyt hUOITO- ja VAINTOVAIIT......c.oiiiiiiici ettt 38

9.1 Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia varotoimenpiteita

HUOMAUTUS
Katso kohdasta "4 Kayttajan turvallisuusohjeet" [» 20], miten kaikki turvallisuuteen

liittyvat ohjeet kuitataan.

HUOMIO
Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd patevdd huoltomiestd

suorittamaan nama tyot.

HUOMIO
Ald pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilld, tinnerilld, kemiallisella pélyliinalla

tms. Paneeli voi saada varivirheitd, tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin
likainen, kastele pyyhe vedelld laimennetulla neutraalilla pesuaineella, purista se
kuivaksi ja pyyhi paneeli puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

9.2 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paasta kaasuja ilmakehaan.
Kylmdainetyyppi: R32
[Imaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maaraykset voivat edellyttdga saannollisia tarkastuksia
kylmdainevuotojen varalta. Kysy lisdtietoja asentajalta.

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS
= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos

kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= A3 kidytad yksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmdaainetta vuosi, on korjattu.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

>

® Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsaadanto vaatii, etta yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

9.3 Huoltopalvelut

9.3.1 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkdon kerdantyy kayton aikana polya vuosien mittaan, sen teho laskee
jossain maarin. Koska yksikoéiden purkaminen ja niiden sisdosien puhdistaminen
vaatii teknistd ammattitaitoa ja yksikdiden parhaan mahdollisen huollon
varmistamiseksi kannattaa solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden lisdksi. Jalleenmyyjdverkollamme on paasy oleellisten osien
pysyvaan valikoimaan, jotta yksikk¢ voidaan pitda toiminnassa mahdollisimman
pitkaan. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jdlleenmyyjalta apua, ilmoita aina:

= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= Qireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

VAROITUS
= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla

virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd pddsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

9.3.2 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit

Huomaa, ettd tdssa mainitut huolto- ja vaihtovalit eivat liity komponenttien
takuuaikaan.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Komponentti Tarkastusvali Huoltovali (vaihto ja/tai
korjaus)
Sahkémoottori 1 vuosi 20 000 tuntia
Piirilevy 25 000 tuntia
Ldmmadnvaihdin 5 vuotta
Anturi (termistori jne.) 5 vuotta
Kayttoliittyma ja kytkimet 25 000 tuntia
Valutusastia 8 vuotta
Paisuntaventtiili 20 000 tuntia
Solenoidiventtiili 20 000 tuntia

Taulukossa oletetaan, etta kayttdolosuhteet ovat seuraavat:

= Normaali kdytto ilman yksikon usein toistuvaa kdynnistdmista ja sammuttamista.
Mallin mukaan laitteen kaynnistamistd ja sammuttamista ei suositella yli 6:ta
kertaa tunnissa.

= Yksikdn kayttoajan oletetaan olevan 10 tuntia paivassa ja 2500 tuntia vuodessa.

HUOMIO
® Taulukossa  ndytetdaan  paakomponentit. Lisdtietoja on  huolto- ja

tarkastussopimuksessa.

® Taulukko nayttaa suositeltavat huoltovalit. Yksikon pitdmiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkddn huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Huolto- ja tarkastussopimuksen sisallon
mukaan huolto- ja tarkastusvalit voivat todellisuudessa olla tassa mainittuja
lyhyemmat.

9.3.3 Lyhennetyt huolto- ja vaihtovalit

Huolto- ja vaihtovalien lyhentamista taytyy harkita seuraavissa tilanteissa:
Yksikko6a kdytetdaan paikoissa, joissa:

= Lampo ja kosteus vaihtelevat poikkeuksellisen paljon.

= Tehonhuojunta on suurta (jannite, taajuus, aaltovaaristyma tms.) (yksikkoa ei voi
kayttaa, jos tehonhuojunta on sallitun alueen ulkopuolella).

= |skuja ja tarinda esiintyy usein.

= lImassa voi olla pdlya, suolaa, haitallista kaasua tai Oljysumua, esimerkiksi
rikkihapoketta ja rikkivetya.

= Kone kaynnistetdan ja sammutetaan usein tai kdyttoaika on pitka (sijoituspaikat,
joissa on ympadrivuorokautinen ilmastointi).
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Kuluvien osien suositeltu vaihtovil

Komponentti Tarkastusvali Huoltovili (vaihto ja/tai
korjaus)
llImansuodatin 1 vuosi 5 vuotta
Suurtehosuodatin 1 vuosi
Sulake 10 vuotta
Kampikammion ldmmitin 8 vuotta

Painetta sisaltavat osat

yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan.

Jos esiintyy korroosiota, ota

HUOMIO
® Taulukossa  naytetaan

tarkastussopimuksessa.

padkomponentit.  Lisatietoja on  huolto-

ja

* Taulukko nadyttaa suositeltavat vaihtovalit. Yksikon pitdmiseksi toimintakunnossa
huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaaradiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Kysy lisdtietoja jdlleenmyyjalta.

mahdollisimman  pitkaan

TIETOJA

i @

sisdosat on puhdistanut joku muu kuin valtuutettu jalleenmyyja.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siita, etta laitteet on purkanut tai niiden

RXYSA4~6B7V/Y1B
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10 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

KATKAISE virta.

VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

Yksikon kaytdn jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettdd ammattitaitoisella huoltohenkillla.

Toimintahdirio Toimenpide

El toimi oikein.

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai Kaanna paavirtakytkin POIS
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai virtakytkin | paalta.

vikakoodi tulee nakyviin.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.
Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy yksikon IImoita asiasta asentajalle ja
numero, toiminnan merkkivalo vilkkuu ja kerro vikakoodi.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eika
kyseessa ole mikdan vylla mainituista vioista, tutki jarjestelmd seuraavien

menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio

Toimenpide

Jos kylméainevuoto esiintyy
(virhekoodi AZ/CH)

Jarjestelma suorittaa toimenpiteitd. Ald katkaise
virransyottoa.

[Imoita asiasta asentajalle ja kerro vikakoodi.

Jos jarjestelma ei toimi
ollenkaan.

Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, etta
sahko palautuu paalle. Jos sahkokatkos tapahtuu
kayton aikana, jarjestelma kdynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin

aktivoitunut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisin
tarvittaessa.

Jarjestelma kykenee
siirtymaan pelkkaan
tuuletinkayttoon, mutta
heti jaahdytys- tai
[dammitystoimintaan
siirryttdessa se pysahtyy.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
esteet ja varmista, ettd ilma paasee virtaamaan
vapaasti.

Tarkista, nakyyko kayttoliittyman naytdssa
aloitusnaytossa.  Katso  sisdyksikon  mukana
toimitettu asennus- ja kayttoopas.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Tassa luvussa

Toimintahairio Toimenpide

jaahdytys- tai lammitysteho
on riittamaton.

vapaasti.

sisayksikon oppaan kohta "Huolto").
= Tarkista lampotila-asetus.

kayttoliittymasta.

sisaan.

onko huoneessa lilan voimakas lammonlahde.

huoneeseen. Kaytd verhoja tai sdlekaihtimia.
= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma oikea.

Jarjestelma toimii, mutta = Tarkista, onko sisd- tai ulkoyksikdn ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
esteet ja varmista, ettd ilma padsee virtaamaan

= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut (katso

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan

= Tarkista, onko huoneessa jadhdytystoiminnan
aikana liilan suuri maara oleskelijoita. Tarkista,

= Tarkista, pdaseekd aurinko paistamaan suoraan

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman korjaaminen itse ei
onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspaiva.

101 VIrhEKOOMit: YIBISKUVEUS. ...ttt 42
10.2  Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita 44
10.2.1  Qire: Jarjestelma ei toimi 44
10.2.2  Oire: Vaihto jaahdytyksesta lammitykseen tai pdinvastoin ei onnistu 44
10.2.3  Qire: Puhallinkdytté on mahdollista, mutta jadhdytys ja lammitys eivat toimi 44
10.2.4  Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta 44
10.2.5  Qire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta.. 44
10.2.6  Qire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko)... 45
10.2.7  Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko, ulkoyksikKO) .........ccooeiiiiriiiiiiice 45

10.2.8  Oire: Kayttoliittyman ndytossa lukee "U4" tai "US" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen muutaman
minuutin kuluttua .... FE TSSO PO POU TP 45
10.2.9  Oire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko)........ 45
10.2.10 OQire: limastointilaitteiden aanet (sisayksikko, ulkoyksikko)... 45
10.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet (ulkoyksikko) 45
10.2.12  QOire: Yksikostd tulee polya 45
10.2.13  Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja 46
10.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori 46
10.2.15 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen [ammitystoiminnan jalkeen .... 46
10.2.16  Oire: Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikké on pysahtynyt 46
10.2.17  Qire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu 46
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10.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos sisayksikon kayttoliittyman naytossa nakyy vikakoodi, ota yhteytta asentajaan ja
ilmoita vikakoodi, yksikdn tyyppi ja sarjanumerot (ndma tiedot ovat yksikdn
nimikilvessa).

Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit nollata
koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa asentajalta.

Paakoodi Sisallys
A0 Ulkoinen suojalaite aktivoitui
A0- 1t Yhden sisdyksikén R32-anturi on tunnistanut kylmaainevuodon®
RO/CH Turvajarjestelman virhe (vuodontunnistus)®
Al EEPROM-vika (sisdyksikko)
A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahdirio (sisdyksikko)
A& Tuuletinmoottorin toimintahairio (sisayksikko)
A7 Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikko)
A9 Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisayksikko)
Ar Tyhjennyksen toimintahairio (sisayksikko)
AH Suodattimen polykammion toimintahairio (sisdyksikko)
A Tehoasetuksen toimintahairio (sisdyksikko)
[ Tiedonsiirtohdirio paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla (sisdyksikko)
oy Ldmmonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, neste)
Fag=s Lammaonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, kaasu)
£a Imuilman termistorin toimintahairio (sisayksikko)
A Poistoilman termistorin toimintahairio (sisdyksikko)
cE Liiketunnistimen tai lattian [ampotila-anturin toimintahairio

(sisayksikko)

CHO ! Jonkin sisdyksikén R32-anturin toimintahairio®®

CH-02 Jonkin sisdyksikén R32-anturin kayttoika paattynyt®

CH-05 R32-anturi 6 kuukautta ennen kadyttoian paattymista jossakin
sisdyksikdssa®
CH- 10 Odotetaan jonkin sisdyksikén R32-anturin vaihdon vahvistusta®
i Kayttoliittyman termistorin toimintahairio (sisayksikko)

Piirilevyn toimintahairio (ulkoyksikkd)

m

£3 Korkeapainekytkin aktivoitui

£ Matalapaineen toimintahairio (ulkoyksikko)

ES Kompressorin lukon tunnistus (ulkoyksikkd)

£ Tuuletinmoottorin toimintahairio (ulkoyksikko)

Eq Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairio (ulkoyksikko)

F3 Poistolampatilan toimintahairio (ulkoyksikkd)

F Epdanormaali imulampotila (ulkoyksikko)
Asentajan ja kiyttajan viiteopas P DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Padkoodi Sisallys
F& Kylmaaineen liikatayton tunnistus
H3 Korkeapainekytkimen toimintahairio
H7 Tuuletinmoottorin ongelma (ulkoyksikko)
He Ympériston lampotila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)
i Paineanturin toimintahairio
= Virta-anturin toimintahairio
e Poistolampatila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)
5 Imuldmpotila-anturin toimintahdirio (ulkoyksikkd)
5 Jaanpoiston lampatila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)
47 Nesteen lampotila-anturin (alijgahdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairio (ulkoyksikko)
49 Kaasun lampotila-anturin (alijadhdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairio (ulkoyksikko)
A Korkeapaineanturin toimintahairic (SINPH)
aC Matalapaineanturin toimintahairio (SINPL)
L INV-piirilevy epanormaali
Ly Rivan lampotila epanormaali
LS Invertterin piirilevy viallinen
LB Kompressorin ylivirta havaittu
L9 Kompressorin lukitus (kdynnistys)
L Sulku-PCB:n tiedonsiirto-ongelma tai yhteyden katkeaminen
= INV epasymmetrinen virransyottdjannite
Py Ripatermistorin toimintahairio
P Tehoasetuksen toimintahairio (ulkoyksikko)
g Epanormaali matalapaineen lasku, viallinen paisuntaventtiili
= INV-jannitteen virtakatkos
L3 Jarjestelman koekayttda ei vield suoritettu
L Viallinen sisa/ulkoyksikon johdotus
us Epdnormaali tiedonsiirto, kayttoliittyma—sisayksikko
LA Epdnormaali tiedonsiirto, paa-alikdyttoliittyma
e Jarjestelman yhteensopimattomuus. Vaaran tyyppisia
sisayksikoita yhdistetty. Sisayksikdn toimintohairio.
LA Sisayksikoiden valisen liitdnnan toimintahairio tai tyyppien
yhteensopimattomuus
UA-55 Jarjestelman lukitus
LA-55 Vara-PCB:n virhe
uR-57 Ulkoisen tuuletustulon virhe
ur Keskusosoitteen paallekkaisyys

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Padkoodi Sisallys
e Toimintahdirio tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa — sisayksikko
s Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)
LiH Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

@ Virhekoodi ndytetaan vain sisdyksikon kayttoliittymassa, kun virhekoodi esiintyy.

10.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelméan toimintahairioita:

10.2.1 OQire: Jarjestelma ei toimi

= |[Imastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan kaynnistys/
pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy, jarjestelma toimii
normaalisti. Kompressorin ~ moottorin  ylikuormittumisen  estamiseksi
ilmastointilaite kdynnistyy 5 minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla
on mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kdynnistysviive on voimassa
myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on painettu.

= Jos kayttoliittymassa nakyy "Under Centralised Control", toimintapainikkeen
painaminen saa ndyton vilkkumaan muutaman sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd
osoittaa, ettd kayttoliittymaa ei voi kayttaa.

= Jarjestelma ei kaynnisty heti, kun virtaldhde kytketdgan paédlle. Odota yksi
minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

10.2.2 Oire: Vaihto jaahdytyksestd lammitykseen tai painvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), se tarkoittaa, ettd tama
on alakayttoliittyma.

= Kun jaghdytyksen/lammityksen etdvalintakytkin on asennettuna ja naytossa
nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), tama johtuu siitd, ettd vaihtoa
jaahdytyksestd lammitykseen ja painvastoin ohjataan jaahdytyksen/lammityksen
kaukosaatokytkimen avulla. Kysy jalleenmyyjaltd, minne kaukosaatokytkin on
asennettu.

10.2.3 OQire: Puhallinkdyttd on mahdollista, mutta jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu toimimaan ja
suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisayksikéiden kanssa. Odota enintdan 12
minuuttia, kunnes tdma menettely on suoritettu.

10.2.4 OQire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatopainiketta painetaan.
Kun huoneen lampotila saavuttaa lammitystilassa asetetun lampotilan, ulkoyksikkd
pysdhtyy ja sisayksikkod siirtyy puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. N&in valtetdan
kylman ilman puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden pdalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikko olisi [ammityskaytdssa, kun painiketta
painetaan.

10.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttoliittymadn nayttéa. Tuulettimen suunta ei
vaihdu. Tdma johtuu siita, ettd mikrotietokone ohjaa yksikkoa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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10.2.6 Qire: Yksikostd virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos sisdyksikon sisdpuoli
on erittdin likainen, huoneen ldammonjakauma muuttuu epdtasaiseksi.
Sisayksikon sisdosat pitdad puhdistaa. Kysy jalleenmyyjaltd tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkilda.
= Valittomasti jadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman lampétila ja kosteus

ovat alhaiset. Tama johtuu siitd, ettd lamminta kaasumaista kylmaainetta virtaa
takaisin sisatilaan asennettavaan yksikk66n muodostaen hoyrya.

10.2.7 OQire: Yksikostd virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelmad vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hoyryksi ja poistuu laitteesta.

10.2.8 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4" tai "US5" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, ettd kayttoliittyma sieppaa hairiditda muista sahkolaitteista kuin
ilmastointilaitteesta. Tama estda yksikoiden vdlisen tiedonsiirron ja saa ne
pysahtymaan. Toiminta kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun hairiot loppuvat.
Virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan taman
virheen.

10.2.9 OQire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko)

= Valittomasti virran kytkemisen jdlkeen laitteesta kuuluu &ani. Sisdtilaan
asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen paisuntaventtiili alkaa toimia ja
tuottaa kyseisen ddnen. Adnen voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa jadhdytystoiminnassa tai
pysahtyneena. Aani kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva dani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy ldmmitystoiminnan jalkeen. Aani
johtuu lampotilan muutoksen aiheuttamasta muoviosien laajenemisesta ja
supistumisesta.

= Matala dani kuuluu, kun sisdyksikkod pysdytetdaan. Tama aani kuuluu, kun toinen
sisayksikkd on toiminnassa. Pieni maara kylmdainetta pidetdan virtaamassa
jarjestelmassa, jotta 6ljy ja kylmaaine eivat kerdydy jarjestelmaan.

10.2.10 Oire: llmastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihiseva &ani kuuluu, kun jarjestelmad on jaahdytys- tai
jddnpoistotoiminnassa. A&ni johtuu kylm&ainekaasun virtauksesta sisi- ja
ulkoyksikoiden lapi.

= Sihisevd dani kuuluu, kun jarjestelma kytketddn jaanpoistotoimintaan, tai
valittdémasti jaadnpoiston loputtua. Adni johtuu jaadhdytysaineen virtauksen
pysdahtymisesta tai virtauksen muuttumisesta.

10.2.11 Oire: limastointilaitteiden aanet (ulkoyksikko)

Yksikdn kayntidani muuttuu. Adnen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.

10.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetdan ensimmaisen kerran pitkaan aikaan. Tama johtuu siita, ettd
yksikk6on on paassyt polya.
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10.2.13 OQire: Yksikot voivat paastaa hajuja
Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
padstda hajuja edelleen ilmaan.

10.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori
Tuulettimen nopeutta sadadelldan  kayton aikana  tuotteen  toiminnan
optimoimiseksi.

10.2.15 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen [ammitystoiminnan jalkeen

Taman tarkoituksena on estda kylmaainetta jaamasta kompressoriin. Yksikko
pysahtyy 5-10 minuutin kuluttua.

10.2.16 OQire: Ulkoyksikodn sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikkd on pysahtynyt
Tama johtuu siitd, ettd kampikammion ldmmityslaite pitdd kompressorin
lampimana, jotta kompressori voi kdynnistya pehmeasti.

10.2.17 Oire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetddn useita sisayksikoita. Kun jokin toinen yksikkd on
kaynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman kylmaainetta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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11 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja asentaa uudelleen.
Yksikdiden siirtéminen vaatii teknistd ammattitaitoa.
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12 Havittaminen

Tama yksikko kayttaa fluorattua hiilivetya. Ota yhteys jalleenmyyjaan, kun havitat
taman yksikon. Laki vaatii, ettd kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan
fluoratun hiilivedyn kerdysta ja hadvittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

HUOMIO
ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantéa. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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13 Tekniset tiedot

13.1 Eco Design -vaatimukset

Tutustu yksikon ja ulko/sisayksikkoyhdistelmien energiamerkintdéan — Lot 21
noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Avaa seuraava verkkosivusto: https://energylabel.daikin.eu/
2 Jatka valitsemalla:

= "Continue to Europe" kansainvalista verkkosivustoa varten.
= "Other country" maakohtaista sivustoa varten.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus -verkkosivulle.
Napsauta Eco Design — Ener LOT 21 -kohdassa Luo merkinta.
Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus (LOT 21) -verkkosivulle.
4 Valitse oikea yksikkd noudattamalla verkkosivulla olevia ohjeita.

Tulos: Kun valinta on tehty, LOT 21 -tietoarkkia voidaan tarkastella PDF-tiedostona
tai HTML-verkkosivuna.

TIETOJA

i

Tuloksena saatavalta verkkosivulta voidaan tarkastella myos muita asiakirjoja
(oppaita yms.).
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14 Tietoja pakkauksesta

Pidd seuraava mielessa:

= Yksikkd tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman ldhelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

El Sarkyvaa.

Pida yksikko pystyasennossa valttadksesi kompressorin
vahingoittumisen.

14.1 Ulkoyksikkd

14.1.1 Ulkoyksikon purkaminen pakkauksesta

14.1.2 Ulkoyksikon kasittely

HUOMAUTUS
Vammojen  vilttdmiseksi ALA  kosketa  yksikén  tuloilma-aukkoa  &laka

alumiinilamelleja.

Trukki. Myo6s trukkia voidaan kayttaa niin kauan kuin yksikké on kuormalavalla.
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Kuljeta yksikkda seuraavasti:

14.1.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta

1 Irrota huoltokansi. Katso "17.2.2 Ulkoyksikon avaaminen" [» 72].

b c
1x |1x
Z 4 A «en

Yleiset varotoimet

Ulkoyksikdn asennusopas
Varoitustarra

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Kylmaaineen lisdystarra
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nesteputkisto — mutka
Nesteputkisto — lyhyt
Nesteputkisto — pitka
Kaasuputkisto — mutka
Kaasulinjaputkisto

A—e = T00Q =-n® O 0 T O
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15 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista
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15.1 Tunnistaminen

15.1.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko

Sijainti

"]

Mallin tunnistus

Esimerkki: RXYSA6B7Y1B

Koodi Selitys
R Ulkoilmajadhdytteinen
X Lampopumppu (ei-jatkuva lammitys)
Y Yksi moduuli
S S -sarja
A Kylmaaine R32
4~6 Kapasiteettiluokka
B7 Mallisarja
V1 Virransyottd: 1~, 220~240V, 50 Hz
Y1 Virransyottd: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Euroopan markkinat

15.2 Tietoja ulkoyksikdsta

Tassd asennusoppaassa kasitelldan  tdysin  invertterikdyttoista VRV~ 5-S
-ldmpoépumppujdrjestelmaa.

Nama yksikot on tarkoitettu ulkoasennukseen ja ilma—ilma-
ldmpodpumppusovelluksiin.

Tata yksikkoad voidaan voida kayttdaa VRV IV-S -ulkoyksikdiden korvaamiseen. Katso
erityiset vaihtotiedot soveltuvin osin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Tekniset tiedot RXYSA4~6
Kapasiteetti Lammitys 14,2~18,0 kW
Jaahdytys 12,1~15,5 kW
Suunniteltu ulkolampotila | Lammitys —-20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Jaghdytys —5~46°C DB

15.3 Jarjestelman sijoittelu

lisatietoja kohdasta "3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten" [» 17].

HUOMIO

Teknisten huoneiden, kuten palvelinhuoneiden ja datakeskusten, joita taytyy
jaahdyttaa ympari vuoden, jadhdyttaminen El ole sallittu.

VAROITUS
Asennuksen taytyy olla tata R32-laitteistoa koskevien vaatimusten mukainen. Katso

° TIETOJA

l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

° TIETOJA

l Kaikkia sisdayksikkoyhdistelmia ei sallita, katso "15.4.2 Sisayksikoiden mahdolliset

yhdistelmat" [» 55].

... b_. | b .i._b
¢ yJ‘\ ¢ yJ‘\ L yJ‘\
d@ | i d@ | d@ |
@ . e @
a Lampopumppu, ulkoyksikkd
b Kylmaaineputkisto
¢ VRV direct expansion (DX) -sisayksikko
d Kaukosadadin normaalitilassa
e Kaukosaadin vain halytys -tilassa
f Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)

15.4 Yksikdiden ja lisavarusteiden yhdistaminen

° TIETOJA

l Eraat lisavarusteet eivat valttamatta ole saatavilla maassasi.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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15.4.1 Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistamisesta

HUOMIO
Varmistaaksesi jarjestelman kokoonpanon (ulkoyksikkd + sisdayksikot) toimivuuden

sinun taytyy perehtya uusimpiin VRV 5-S -lampopumpun teknisiin rakennetietoihin.

Tahan lampopumppujdrjestelmdan voidaan yhdistaa useita sisdayksikkotyyppeja, ja
se on tarkoitettu kaytettavaksi vain R32:n kanssa.

Katso tuoteluettelosta yleiskuvaus saatavilla olevista yksikoista.

Yleiskuvauksessa ilmoitetaan sisayksikdiden ja ulkoyksikdiden sallitut yhdistelmat.
Kaikkia yhdistelmia ei sallita. Niitd koskevat sdannot (ulkoyksikdiden, sisdyksikoiden
ja kaukosaatimien yms. yhdistelma), jotka kerrotaan teknisissa rakennetiedoissa.

15.4.2 Sisayksikoiden mahdolliset yhdistelmat

Yleensd seuraavan tyyppisid  sisdyksikéitd  voidaan  liittdd VRV  5-S

-ldmpoépumppujarjestelmaan. Luettelo ei ole kattava ja riippuu seka ulkoyksikon

mallista ja sisdyksikdiden malliyhdistelmista.

= VRV direct expansion -sisdyksikot (ilma-ilma-sovellukset). Huomautus: Usean
kayttdjan vaihtoehtoa ei sallita sisayksikoille, jotka on yhdistetty RXYSA4~6-
yksikaihin.

= EKVDX (ilma-ilma-sovellukset): VAM-J8 tarvitaan.

= AHU (ilma-ilma-sovellukset): EKEXVAsarja ja EKEACBVE-rasia tarvitaan.

= |Imaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisatietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

15.4.3 Mahdollisia lisdvarusteita ulkoyksikélle

TIETOJA

[ ]
l Katso uusimmat lisavarusteiden nimet teknisista rakennetiedoista.

Pohjalevyn lammitin (EKBPH250D7)

= Estda pohjalevyn jaatymisen.

= Suositellaan alueilla, joissa on alhainen ympariston lampétila ja korkea kosteus.
= Katso asennusohjeet pohjalevyn lammittimen asennusoppaasta.

Jadhdytys/lammitysvalitsin (KRC19-26A)
Jaahdytys- tai lammitystoiminnon ohjaamiseen keskeisesta paikasta.

Pinta-asennussarja (KJB111A) on saatavana kytkimen asentamiseksi seinalle.

Katso tietoja jaahdytyksen/lammityksen valintakytkimen liittamisesta
ulkoyksikkoon kohdasta "20.4 Valinnaisen jaahdytyksen/lammityksen
valintakytkimen liittdminen" [» 116].

Ulkoinen ohjaussovitin (DTA104A61/62)

Ulkoista ohjaussovitinta voidaan kdyttda, kun halutaan kasked tietty toimenpide
keskusohjauksesta tulevalla ulkoisella tulolla. Kaskyt (ryhma tai yksittdinen) voivat
koskea alhaisen melun toimintaa ja virrankulutuksen rajoitustoimintaa.
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VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
55




16 | R32-yksikoiden eritysvaatimukset

16 R32-yksikdiden eritysvaatimukset

Tassa luvussa

16,1 ASENNUSHIAVAGLIMUKSEL .. ...ttt 56
16.2  Jarjestelman SioittelUvaatiMUKSEL.........occiiiiiiiii e 56
16.3  TayttOrajoitukSEN MAATTEEAMINEN ..ttt ettt st es et es e st s e sttt n e s enn 60

16.1 Asennustilavaatimukset

VAROITUS
Jos laite sisaltaa R32-kylmaainetta, huoneen, jossa laitetta sailytetaan, lattiapinta-

alan taytyy olla vahintdan 98,3 m2.

HUOMIO
= Putkisto taytyy kiinnittaa tukevasti ja suojata fyysisilta vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitda minimissaan.

16.2 Jarjestelman sijoitteluvaatimukset

VRV 5-S kdyttdd R32-kylmdaainetta, jonka luokitus on A2L ja joka on lievasti
tulenarkaa.

Julkaisun IEC  60335-2-40  jaahdytysjarjestelmien lisatiiviysvaatimusten
noudattamista varten tassa jarjestelméassa on sulkuventtiilit ulkoyksikdssa ja halytys
kaukosaatimessa. Jos tdman oppaan vaatimuksia noudatetaan, muita
varotoimenpiteita ei tarvita.

Suuri lataus- ja huonepinta-alayhdistelmien maard on mahdollinen yksikdssa
oletusarvoisesti olevien vastatoimenpiteiden ansiosta.

Varmista alla olevia asennusvaatimuksia noudattamalla, ettd koko jarjestelma
noudattaa lainsdadantoa.

Ulkoyksikon asennus

Ulkoyksikkod taytyy asentaa ulos. Ulkoyksikon asentaminen sisalle saattaa vaatia
lisatoimia sovellettavan lainsdadanndn noudattamista varten.

Ulkoyksikodssa on liitin ulkoista lahtoa varten. Tata SVS-lahtoa voidaan kayttaa, kun
tarvitaan lisdd vastatoimenpiteitd. SVS-1ahtd on kosketin liittimessa X2M, joka
sulkeutuu, jos havaitaan vuoto, vika tai R32-anturin (sisdyksikdssd) yhteyden
katkeaminen.

Lisatietoja SVS-lahdosta on kohdassa "20.3 Ulkoisten lahtdjen kytkeminen" [» 114].

Sisdyksikon asennus

HUOMIO
Jos yksi tai useampi huone yhdistetaan yksikkoon kanavajarjestelmaa kayttamalla,

varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen
kanavalla. Ala kaytd tiloja, kuten riippuvaa sisdkattoa, ilman tulo- tai poistoaukon
kanavana.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Noudata sisdyksikdon asennuksessa sen mukana toimitetun asennus- ja
kdyttooppaan ohjeita. Katso sisdyksikdiden yhteensopivuustiedot taman yksikon
teknisten tietojen uusimmasta versiosta.

Jarjestelmdssa olevan kylmaaineen kokonaismdara saa olla pienempi tai yhtad suuri
kuin suurin sallittu kylmadaineen kokonaismaara. Suurin sallittu kylmdaineen
kokonaismdara riippuu jarjestelman hoitamien huoneiden ja alimmassa
maanalaisessa kerroksessa olevien huoneiden pinta-alasta.

Katso kohdasta "16.3 Tayttorajoituksen maarittdminen" [» 60], tayttdako
jarjestelma tayton rajoitusvaatimuksen.

Sisdyksikkoa varten voidaan lisata valinnainen lahtopiirilevy ulkoisen laitteen 1ahtda
varten. Lahtopiirilevy laukeaa, jos havaitaan vuoto, R32-anturiin tulee vika tai
anturin yhteys katkeaa. Katso mallin tarkka nimi sisdyksikon lisdvarusteluettelosta.
Katso lisatietoja tasta lisdvarusteesta valinnaisen lahtopiirilevyn asennusoppaasta.

Putkiston vaatimukset

Putkisto taytyy asentaa kohdan "18 Putkiston asennus" [» 77] ohjeiden
mukaisesti. Vain uusimman ISO14903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim.
juotos-+laippaliitdnnat) saa kayttaa.

Jos putkisto asennetaan tilaan, jossa oleskelee ihmisia, varmista, ettd putkisto on
suojattu  mahdollisilta  vahingoilta.  Putkisto  taytyy tarkistaa  kohdan
"18.4 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen" [» 93] ohjeiden mukaisesti.

Kaukosaatimen vaatimukset

(1]
@

Lampdpumppu, ulkoyksikkd

Kylmdaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)
Keskuskaukosaadin (lisdvaruste)

Lisdvarustepiirilevy (ei sisally toimitukseen)

SR -~ Q0 T O

Noudata kaukosaatimen asennuksessa sen mukana toimitetun asennus- ja
kayttboppaan ohjeita. Jokainen sisayksikkod taytyy yhdistdda R32-turvajarjestelman
kanssa yhteensopivaan kaukosdatimeen (esim. BRC1H52/82* tai uudempi tyyppi).
Ndissa kaukosaatimissa on varotoimenpiteitd, jotka varoittavat kdyttajaa nakyvasti
ja kuuluvasti vuodon sattuessa.

Kaukosaatimen asennuksessa on noudatettava vaatimuksia.

1 Vain kaukosaatimen kanssa yhteensopivaa turvajarjestelmda saa kdyttaa.
Katso  kaukosaatimen  yhteensopivuus  teknisistd  tiedoista  (esim.
BRC1H52/82%*).

2 Jokainen sisdyksikko taytyy yhdistaa erilliseen kaukosaatimeen. Jos sisayksikot
toimivat ryhmé&ohjauksessa, voidaan kdyttda vain yhta kaukosaadinta huonetta
kohden.

3 Sisdyksikdn palvelemaan huoneeseen asetetun kaukosdatimen tulee olla
tdysin toimivassa tai vain halytys -tilassa. Jos sisayksikkoé palvelee muuta
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huonetta kuin sitd, johon se on asennettu, kaukosadddin tarvitaan seka
asennus- ettd palveltavassa huoneessa (eraat lievennykset ovat mahdollisia,
katso esimerkkeja alta). Tietoja kaukosaatimen eri tiloista ja madarittamisesta
on alla olevassa huomautuksessa tai kaukosadatimen mukana toimitetussa
asennus- ja kayttéoppaassa.

4 Rakennuksiin, joissa tarjotaan ydpymispalveluja (esim. hotelli), joissa
rajoitetaan ihmisten liikkeitd (esim. sairaala), joissa on kontrolloimaton maara
ihmisia, tai rakennuksiin, joissa ihmiset eivat ole tietoisia turvallisuusohjeista,
on asennettava yksi seuraavista laitteista  paikkaan, jossa on
ympadrivuorokautinen valvonta:

= valvojan kaukosdadin
» keskuskaukosdadin. Esim. iTM ja ulkoinen halytys WAGO-moduulin kautta,
iTM ja sisdanrakennettu halytys...

Huomautus: Kaukosaatimet, joissa on sisddanrakennettu halytys, antavat nakyvan ja
kuuluvan varoituksen. Esim. BRC1H52/82*-kaukosdatimet voivat tuottaa
halytyksen, jonka adnenpaine on 65 dB (mitattuna 1 m:n paassa halyttimesta).
Aénitiedot ovat saatavilla kaukosdatimen teknisissd tiedoissa. Halytyksen tiytyy
aina olla 15 dB voimakkaampi kuin huoneen taustamelu.

Erikseen hankittava ulkoinen halytys, jonka &anilahtdé on 15 dB voimakkaampi kuin
huoneen taustamelu, tdytyy asentaa seuraavissa tapauksissa:

= Kaukosdatimen aanilahto ei riitd takaamaan 15 dB:n eroa. Tama halytys voidaan
yhdistdaa ulkoyksikon  SVS--lahtdkanavaan tai  sisdyksikon  valinnaiseen
lahtopiirilevyyn kyseisessa huoneessa. Ulkoyksikon SVS laukeaa, jos koko
jarjestelmassd tunnistetaan jokin R32-vuoto. Sisayksikdiden valinnainen lahto
laukeaa vain, kun sen oma R32-anturi tunnistaa vuodon. Lisatietoja SVS-
lahtdsignaalista on kohdassa "20.2 Ulkoyksikon sdahkojohtojen
littdminen" [» 111]. Lisdtietoja sisdyksikon valinnaisesta lahtopiirilevystd on
sisdyksikon asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

= Kaytetdan keskuskaukosaddintd ilman sisddnrakennettua halytystd, tai
keskuskaukosadtimen &anildhté ei riitd takaamaan 15 dB:n eroa. Katso
keskuskaukosadtimen asennusoppaasta, miten ulkoinen halytys asennetaan.

Huomautus: Kokoonpanon mukaan kaukosaadinta voidaan kayttda kolmessa eri
tilassa. Sadtimen toiminnot vaihtelevat eri tiloissa. Tarkempia tietoja
kaukosdaatimen toimintatilan asettamisesta ja toiminnoista on kaukosdatimen
asentajan ja kdyttajan viiteoppaassa.

Tila Toiminto

Taysin toimintakunnossa |Sdadin on tdysin toimiva. Kaikki normaalit toiminnot
ovat kaytettdvissd. Tdma saadin voi olla paa- tai
alisaadin.

Vain halytys Saadin toimii vain vuodontunnistushalytyksena
(yhdelle sisayksikolle). Ei toimintoja kaytettdvissa.
Kaukosdadin taytyy aina laittaa samaan huoneeseen
sisayksikon kanssa. Tdma saadin voi olla paa- tai
alisaadin.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Tila Toiminto

Valvoja Saadin toimii vain vuodonilmaisinhalytyksena (koko
jarjestelmalle, ts. useille sisdyksikoille ja niiden
saatimille). Muita toimintoja ei ole kaytettavissa.
Kaukosdadin taytyy asettaa valvottuun sijaintiin. Tama
kaukosaadin voi olla vain alisaadin.

Huomautus: Kun jarjestelmaan lisatdan valvojan
kaukosaddin, kenttaasetus taytyy tehda seka
kaukosaatimessa etta ulkoyksikossa.

Huomautus: Virheellinen kaukosdatimien kdyttd voi aiheuttaa virhekoodien
esiintymistd, jarjestelman toimimattomuutta tai jdrjestelman, joka ei ole
sovellettavan lainsdddanndén mukainen.

Huomautus: Erditd keskuskaukosadtimia voidaan kayttdéd myds valvojan
kaukosaatimena. Lisatietoja asennuksesta on keskuskaukosaatimien
asennusoppaassa.

Esimerkkeja

El OK OK Tapaus
1 Kaukos&adin ei ole yhteensopiva R32-
| turvajarjestelman kanssa
a b,iL a b[ |
X et v o=
2 Sisayksikdita ilman kaukosaadinta ei
[ [ | [ [ | sallita
a b[ bl [ b[ ] a bll | bll | bll |
X 8 e i
3 Jos R32-turvajarjestelman kanssa
| yhteensopivia kaukosadtimia on yksi,
a b a b[ sen taytyy olla pddkaukosaadin ja
_ i samassa huoneessa sisdyksikon
x @d J @d kanssa.
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El OK

OK

Tapaus

b

©d
=

s ]

v

I

Jos kanavoitu sisayksikko palvelee eri
huonetta kuin sitd, johon se on
asennettu, sekd tulo- ettd paluuilma
taytyy kanavoida suoraan kyseiseen
huoneeseen.

B Huoneen pinta-alan ja kaukosaatimen
saantoja taytyy noudattaa vain
palveltavassa huoneessa, kun kyseista
huonetta palvelee vain yksi eri
huoneeseen asennettu kanavoitu
sisdyksikko.

IR
dB

Kaikissa muissa tilanteissa seka

b huoneen, johon kanavoitu yksikko on
asennettu, ja palveltavien huoneiden
tdaytyy noudattaa huoneen pinta-alan
ja kaukosdatimen saantoja.

IRRE
dB

A: Ei huoneen pinta-alarajoituksia.
Kaukosdadinta ei tarvita.

B: Huoneen pinta-alarajoituksia on, ja
kaukosaadin on asennettava.

5 Jos R32-turvajarjestelman kanssa
yhteensopivia kaukosaatimia on kaksi,
vahintadn yhden kaukosaatimen
taytyy olla samassa huoneessa
sisdyksikon kanssa.

6 Ryhmaohjaus sallitaan enintaan

10 sisdyksikolle, jotka on liitetty eri
portteihin tai samaan porttiin.
Vahintdan yhden R32-
turvajarjestelman kanssa
yhteensopivan kaukosdatimen taytyy
olla sisdyksikoiden huoneessa.

~
©l

Tietyissa tilanteissa kaukosaadin
taytyy asentaa valvottuun sijaintiin.

_EJ

Huone: padkaukosaadin taysin toimiva
TAl vain halytys.

Valvojan huone: valvojan
kaukosaadin.

'..ud

r
C\2

o

Ulkoyksikko

Sisayksikko

Kaukosaadin, joka El ole yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
Kaukosaadin, joka on yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
Kaukosaadin valvojatilassa

Valvojan huone

Kanavat (tulo- ja paluuilma)

Q -~ Q0 T O

16.3 Tayttorajoituksen maarittaminen

Vaihe 1 — Maaritd pinta-ala jarjestelman kylmaaineen kokonaistdyttorajan
derivoimista varten:

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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= huoneissa, joihin on asennettu sisayksikko.
= JA huoneissa, joita palvelee eri huoneeseen asennettu kanavoitu sisayksikko.

Huoneen pinta-ala voidaan maarittda heijastamalla seinat, ovet ja valiseinat
lattiaan ja laskemalla suljettu pinta-ala. Pienimman huoneen, jota jarjestelma
palvelee, pinta-alaa kdytetdan seuraavassa vaiheessa maarittdmaan jarjestelman
suurin sallittu kokonaistaytto.

Tiloja, jotka on yhdistetty vain valikatoilla, kanavilla tai vastaavilla yhteyksilld ei
lasketa yhdeksi tilaksi.

Jos kahden saman kerroksen huoneen valinen viliseina tayttaa tietyt vaatimukset,
huoneet katsotaan yhdeksi huoneeksi ja niiden pinta-alat voidaan laskea yhteen.
Talla tavalla voidaan suurentaa suurimman sallitun tdyton laskemiseen kaytettdavaa
A,-arvoa.

Jommankumman seuraavista vaatimuksesta taytyy tdyttya, jotta huoneiden pinta-
alat voidaan laskea yhteen:

min

= Samassa kerroksessa olevat huoneet, jotka on yhdistetty pysyvasti lattiaan
ulottuvalla ihmisten lapikulkuun tarkoitetulla aukolla, voidaan katsoa yhdeksi
huoneeksi.

= Samassa kerroksessa olevat huoneet, jotka on yhdistetty seuraavat vaatimukset
tayttavilla aukoilla, voidaan katsoa vyksivaiheinen huoneeksi. Aukon taytyy
muodostua kahdesta osasta ilman kiertoa varten.

220 mm

1500 mm

300mm
200mm

nvmin T SE0%A 220 mm

nnnnn

1 <100 mm

A Pienin luonnollisen ilmanvaihdon alue

Alempi aukko:
= Se ej ole aukko ulos
= Aukkoa ei voi sulkea
= Aukon taytyy olla 20,012 m? (A,,...,)

= Yli 300 mm:n korkeudella lattiasta olevia aukkoja ei oteta huomioon A, ,-arvoa
maaritettdessa

= Vahintdan 50% arvosta A

= Alemman aukon alareuna on <100 mm lattiasta

on alle 200 mm:n korkeudella lattiasta

= Aukon korkeus on 220 mm
Ylempi aukko:

= Se ei ole aukko ulos

= Aukkoa ei voi sulkea

Aukon taytyy olla 20,006 m? (50% arvosta A,,..)
* Ylemman aukon alareunan taytyy olla 21500 mm lattian ylapuolella

= Aukon korkeus on =20 mm

RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | R32-yksikoiden eritysvaatimukset

Huomautus: Ylemman aukon vaatimus voidaan tayttdaa valikatoilla,
ilmanvaihtokanavilla tai vastaavilla jarjestelyilld, jotka tarjoavat ilmavirtausreitin
yhdistettyjen huoneiden valilla.

Vaihe 2 — Kéaytd alla olevaa kayraa tai taulukkoa jarjestelman kylmaaineen
kokonaistayttérajan madrittamiseen jokaisessa sisdyksikdssa JA  jokaisessa
kanavoidun sisayksikon palvelemassa huoneessa.

Maarita seka alimman maanalaisen kerroksen ettd muiden kerrosten arvo.

Kylmaaineen kokonaistdyttoraja riippuu tehokkaasta asennuskorkeudesta, joka
mitataan seuraavien valilla:

= yksikon alapuoli ja lattian matalin kohta, jos sisdyksikkd asennetaan samaan
huoneeseen.

= kanavan aukon alareuna ja lattian matalin kohta huoneissa, joita palvelee eri
huoneeseen asennettu kanavoitu sisayksikko.

Huomautus: Jos asennuksen korkeutta ei ndytetd, kaytd taulukon ldhinta
alhaisempaa korkeusarvoa. Jos esim. asennuskorkeus on 2,7 m, kayta taulukon
korkeutta 2,5 m vastaavaa arvoa.

Katso yksityiskohtaisempi taulukko tietokirjasta.

HUOMIO
Sisdyksikoita ja kanavien aukkojen alareunaa ei saa asentaa alemmas kuin 1,8 m:n

padhan lattian alimmasta kohdasta, lukuun ottamatta lattialla seisovia sisayksikoita
(esim. FXNA)

Huomautus: Derivoitu tayttdarvo taytyy pyoristda alaspdin.

Job .1 O0O0o
oo .1 O0o0o

KAIKKI MUUT KERROKSET

Valitse kdyra a, joka vastaa tehokasta asennuskorkeutta

goo "7 Oo0od

ALIN MAANALAINEN KERROS

Valitse kayra b, joka vastaa tehokasta asennuskorkeutta

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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16 | R32-yksikoiden eritysvaatimukset

All other floors (@

m [kg]

Lowest underground floor ()

60
55

50

45
40

6

35

30

7

e A5m©

5
34

¢

T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(b) -
[m?] Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —|44|60|60|/68| — | —| —|35(40|46|52 53 |31.8/31.8|35.5/41.6|47.7|53.8|59.9 | 26.8 | 26.8|30.5| 36.6|42.7 | 48.8| 54.9
6 — | —|44|60|63|72|81| — | —|35|41|48|55]|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0|27.4 |27.4|31.1|37.3|43.5|49.7 | 56.0
7 46 146606374 /84|95|35|35|40|48|56|64|73 55 |32.9/32.9|36.7|43.0|49.3|55.7|62.0| 27.9 |27.9|31.7| 38.0|44.3| 50.7 | 57.0
8 6.0|60|60|72|84|96|108| 41|41 |46|55|64|74|83 56 |33.4|33.4|37.2|43.7|50.1|56.6 |63.0 | 28.4 [28.4|32.2|38.7|45.1|51.6| 58.0
9 68 | 68|68|81|95|108]122| 46 |46 |52|6.2|73|83|93 57 |33.9/33.9|37.8/44.4|50.9|57.5|64.1|28.928.9/32.8|39.4|45.9| 52.5|59.1
10 | 756 |75|75|9.0|10.5/120/135| 51 | 51|58 | 6.9 | 81| 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1|29.4 |29.4|33.4|40.1|46.7|53.4|60.1
11 | 83(83(83|99|11.6(132|149| 56 |56 | 6.3 | 7.6 |89 |10.1|11.4 59 [34.9(34.9|39.0|45.8|52.5|59.3(66.1|29.929.9|34.0/40.8(47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 |9.0|9.0|10.8/12.6(14.4|16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83| 9.7 |11.1| 124 60 |35.4|35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|67.2|30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 9.8 9.8 |98 [11.7/13.7/156/17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5| 9.0 | 10.5/12.0{ 13.5 61 |35.935.9(40.1|47.1|54.2|61.2|68.2 | 30.9 |30.9|35.1|42.1|49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5/10.5/10.5(12.6/14.7|16.8/18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9| 14.5 62 |36.4(36.4|40.7|47.8|55.0|62.1(69.2| 31.4 | 31.4|35.7| 42.8| 50.0| 57.1|64.2
15 | 11.3|11.3]11.3|13.5/15.8/18.0|20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1/13.8| 15.5 63 |36.936.9|41.3|48.5(55.8(63.0|70.3| 31.9 | 31.9|36.3|43.5(50.8| 58.0| 65.3
16 | 12.0(12.0{12.0|14.4|16.8(19.2|21.6| 8.1 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8|49.2|56.663.9|71.3|32.4|32.4|36.8|44.2|51.6|58.9|66.3
17 |112.8/12.8/12.8|15.3{17.9(20.4|22.6| 86 | 86 | 9.8 |11.7|13.7(15.7|17.6 65 |37.9(37.9|42.4/49.9|57.4\64.9|72.3|32.9(32.9/37.4/44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5|13.5(13.5/16.2/18.9(21.6|23.7| 9.1 | 9.1 [10.4|12.4|14.5|16.6| 18.7 66 |38.4|38.4|43.0/50.6(58.2(65.8|73.4|33.4|33.4|/38.0|45.6|53.2|60.8|68.4
19 | 14.3|14.3/14.3|17.1]/20.0(22.5|24.7| 9.6 | 9.6 [{10.9/13.1|15.3|17.5|19.7 67 |38.9(38.9/43.6|51.3|59.066.7 |74.4 | 33.9 |33.9|38.6|46.3|54.0|61.7|69.4
20 [ 15.0(15.0(15.0{18.0(21.0|23.4(25.7| 10.1 |10.1|11.5|13.8|16.1| 18.4| 20.7 68 |39.4(39.4(44.1|52.0(/59.8|67.6|75.5|34.4|34.4|39.1|47.0/54.8/62.6|70.5
21 [ 15.6]15.6(15.818.9(/21.9/24.3|26.8| 10.6 | 10.6|12.1|14.5|/16.9| 19.3| 21.8 69 |40.0(40.0|44.7|52.7|60.6 68.5|76.5| 35.0 | 35.0|39.7|47.7 | 55.6|63.5| 71.5
22 [16.1(16.1(16.5/19.8|22.7|25.3(27.8| 11.1 [11.1|12.7| 15.2| 17.7| 20.3 | 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5| 35.5 | 35.5|40.3|48.4| 56.4| 64.5| 72.5
23 [ 16.7(16.7(17.3/20.7|23.5|26.2(28.8| 11.7 [11.7|13.2| 15.9| 18.5 | 21.2 | 23.8 71 |41.0 |41.0(45.9|54.0|62.2|70.4 |78.6 | 36.0 | 36.0| 40.9|49.0|57.2|65.4| 73.6
24 [17.2(17.2(18.0|21.6|24.3|27.1(29.9( 12.2 [12.2|13.8|16.6|19.3|22.1| 24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7|63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7|58.0| 66.3| 74.6
25 [ 17.7(17.7(18.8/22.3|25.1|28.0(30.9| 12.7 [12.7 | 14.4| 17.3|20.1(23.0 | 25.9 73 |42.0|42.0|47.0|55.4(63.8(72.2|79.8| 37.0 | 37.0| 42.0| 50.4 | 58.8 | 67.2| 75.6
26 |18.2(18.2(19.5|23.0(26.0/28.9|31.9|13.2|13.2|15.0|18.0|21.0|23.9|26.9 74 |425|42.5|47.6|56.1/64.6|73.2|79.8|37.5|37.5/42.6|51.1|/59.6|68.2|76.7
27 |18.7]18.7(20.3|23.7(26.8/29.9|33.0| 13.7 |13.7|15.5|18.7|21.8|24.9| 28.0 75 |43.043.0/48.2|56.8|65.4|74.1|79.8|38.0 |38.0/43.2|51.8(/60.4|69.1|77.7
28 [19.2(19.2(21.0|24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2|14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5|66.2|75.0|79.8 | 38.5(38.5(43.7|52.5(/61.2|70.0|78.7
29 [19.7]19.7(21.7|25.0(28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7|16.7|20.0| 23.4| 26.7 | 30.0 77 |44.0 |44.0|49.3|58.2|67.1|75.9(79.8| 39.0 | 39.0|44.3|53.2|62.1|70.9|79.8
30 |20.2|20.2(22.3|25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2|15.2|17.3|20.7 |24.2|27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8(79.8| 39.5 |39.5|44.9|53.9|62.9|71.8|79.8
31 |20.7|20.7 |22.8|26.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.717.8|21.4|25.0| 28.6| 32.1 79 |45.0 |145.0|50.5(59.6|68.7 |77.8|79.8| 40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7|72.8| 79.8
32 [21.2]21.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2|16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5|45.5|51.1|60.3|69.5|78.7 (79.8| 40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7| 79.8
33 |21.7(21.7(24.0|27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7 | 19.0|22.8|26.6 | 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0|51.6(61.0|70.3|79.6(79.8| 41.0 |41.0|46.6|56.0|65.3|74.6|79.8
34 |222(22.2(24.6/285(32.4|36.3]40.2| 17.2[17.2|19.6|23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.5|52.2|61.6|71.1(79.8|79.8| 41.5 |41.5|47.2|56.6 | 66.1|75.5|79.8
35 |22.7(22.7(25.1/29.233.2|37.2|41.3| 17.7 [17.7|20.1 | 24.2| 28.2| 32.2| 36.3 83 [47.0(47.0|52.8/62.3|71.9(79.8|79.8| 42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4| 79.8
36 |23.2(23.2(25.7|29.9(34.0(38.2|42.3| 18.2 [18.2|20.7 | 24.9|29.0|33.2| 37.3 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(72.7|79.8|79.8| 42.6 |42.6|48.4|58.0|67.7 | 77.4| 79.8
37 |23.7(23.7|26.3|30.6(34.8/39.1|43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.629.8 | 34.1| 38.3 85 [48.1|48.1/53.9|63.7|73.5(79.8|79.8|43.1 |43.1|48.9|58.768.5|78.3/79.8
38 |24.2(24.2/26.9|31.2|35.6|40.0|44.4| 19.2 |19.2|21.9|26.2|30.6 | 35.0| 39.4 86 [48.6 (48.6|54.5|64.4|74.3|79.8|79.8|43.6 |43.6|49.5|59.4/69.3|79.2|79.8
39 |24.8(24.8(27.4|31.9|36.4|40.9|45.4|19.819.8|22.4|26.9(31.4|35.9|40.4 87 [49.1|49.1/55.1(65.1/75.1|79.8|79.8|44.1 |44.1/50.1|60.1|70.1|79.8|79.8
40 | 25.3/25.3|28.0(32.6|37.2|41.8|46.4| 20.3 |20.3|23.0(27.6|32.2|36.8 |41.4 88 [49.6 |49.6|55.7|65.8|75.9(79.8|79.8 | 44.6 |44.6|50.7|60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8/25.8(28.6(33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.8|23.628.3|33.0(37.8|42.5 89 [50.1|50.1/56.2|66.5|76.7 |79.8|79.8|45.1 |45.1(51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 | 26.3/26.3|29.2(34.0|38.8(43.7|48.5| 21.3 |21.3|24.2|29.0|33.8|38.7 |43.5 90 |50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8| 45.6 |45.6|51.8(62.2|72.5|79.8|79.8
43 |26.8(26.8|29.8(34.7|39.7|44.6 |49.6| 21.8 |21.8|24.8(29.7 |34.7 | 39.6 | 44.6 91 [51.1|51.1|57.4|67.9(78.3|79.8(79.8| 46.1 |46.1|52.4|62.9|73.3|79.8|79.8
44 | 27.3|27.3|30.3|35.4|40.5|45.5|50.6 | 22.3 |22.3|25.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 | 51.6 |51.6|58.0(68.5|79.1|79.8|79.8| 46.6 |46.6|53.0(63.5|74.1|79.8|79.8
45 | 27.8(27.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6| 22.8 | 22.8(25.9[31.1|36.3|41.4| 46.6 93 |52.1 |52.1|58.5(69.2|79.8|79.8 |79.8| 47.1 |47.1|53.5(64.2|74.9/79.8|79.8
46 | 28.3(28.3|31.5(36.8|42.1|47.4|52.7| 23.3 | 23.3|26.5|31.8 |37.1|42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1(69.9|79.8|79.8|79.8| 47.6 | 47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 |28.8/28.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7| 23.8 |23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 |53.1(53.1|59.770.6|79.8|79.8|79.8| 48.1 |48.1|54.7 |65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 |29.3/29.3|32.6(38.2|43.7|49.2|54.7| 24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7 |44.2|49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8| 48.6 |48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.8/29.8|33.2|38.8|44.5|50.155.8| 24.8 |24.8|28.2|33.8|39.5/45.1|50.8 97 |54.1 |54.1|60.8|72.0|79.8|79.8|79.8| 49.1 |49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3|30.3|33.8|39.5/45.3(51.1|56.8| 25.3 |25.3|28.8|34.5|40.3|46.1|51.8 98 | 54.6 |54.6(61.4|72.7|79.8|79.8|79.8| 49.6 |49.6 |56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 | 30.8|30.8|34.4|40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.8(29.4|35.2|41.1|47.0|52.8 99 |55.1(55.1/62.0|73.4|79.8|79.8|79.8| 50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 | 31.3|31.3|34.9|40.9|46.9(52.9|58.9| 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9|47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7 |62.6|74.1|79.8|79.8|79.8 | 50.7 |50.7 |57.6|69.1|79.8|79.8|79.8
A Palveltavan huoneen pinta-ala
m Jarjestelman kylmaaineen kokonaistayttoraja
(a) All other floors(= kaikki muut kerrokset)
(b) Lowest underground floor(= alin maanalainen kerros)
(c) Effective installation height(= tehokas asennuskorkeus)
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas

VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
4P848372-1A - 2026.07

63



16 | R32-yksikoiden eritysvaatimukset

Vaihe 3 — Maérita jarjestelmdssa olevan kylmdaineen kokonaismaara:

Contains fluorinated greenhouse gases

[R32 ] o

kg

GWP: xxx

o ks

@ —
9 9:0- |kg

I !1 ,ﬁl GV::o’;kg = tCO,eq

Kokonaistayttd=tehdastayttd @+lisatayttd @=3,4 kg+R®

@ R-arvo (lisattavan kylmaaineen maara) lasketaan kohdassa "19.4 Lisattavan kylmaaineen

maaran maarittaminen" [» 100].

Vaihe 4 — Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaardn taytyy olla pienempi kuin
kylmadaineen tdyttorajan pienin arvo jokaisessa huoneessa, johon on asennettu
sisayksikko tai jota palvelee eri huoneeseen asennettu kanavoitu sisayksikko. Jos
nain ei ole, muuta asennusta (katso alla olevat vaihtoehdot) ja toista kaikki ylla

olevat vaiheet.

1. Suurenna kokonaistayttoa rajoittavan huoneen pinta-alaa.

TAI

2. Lyhenna putkiston pituutta muuttamalla jarjestelman sijoittelua.

TAI

3. Suurenna yksikon tai kanavan asennuskorkeutta.

TAI

4. Lisda muita vastatoimenpiteitd sovellettavassa lainsadadanndssa kuvatulla

tavalla.

Sisdyksikon SVS--1aht6a tai valinnaista lahtopiirilevya voidaan kayttaa
lisdvastatoimenpiteiden (esim. mekaaninen ilmanvaihto) liittdmista ja
aktivoimista varten. Katso lisatietoja kohdasta "20.3 Ulkoisten lahtdjen

kytkeminen" [» 114].
TAl

5. Hienosadda jarjestelmaa tarkemmilla laskelmilla VRV Xpress

-sovelluksessa.

HUOMIO

Jarjestelmassa olevan kylmdaineen kokonaismaaran tulee aina olla pienempi kuin

79.8 k.

Esimerkki 1:

Huone

Pinta-ala [m?]

20 30 50 50

Asennuskorkeus [m]

3,5 2,2 1,8 2,5

Alin maanalainen kerros

Muut kerrokset

Tayttoraja [kg]

21,0 | 20,2 | 25,3 | 28,8

Jarjestelman tayttoraja [kg]

20,2

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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16 | R32-yksikoiden eritysvaatimukset

Huone
Al B | c D
Jarjestelman taytto [kg] 22,0
Arvio X
—— b
A
4 1b
a B
— b _1b
Cc D
a Ulkoyksikko
b Sisayksikko
A/B/C/D Huone A/B/C/D
Esimerkki 2:
Huone
A B C D
Pinta-ala [m?] 10 20 10 20
Asennuskorkeus [m] 3,0 2,2 3,0 2,2
Alin maanalainen kerros — — ° °
Muut kerrokset ° ° — —
Tayttoraja [kg] 9,0 15,0 6,9 10,1
Jarjestelman tayttoraja [kg] 6,9
Jarjestelman taytto [kg] 6,5
Arvio v
—— b
A
4 1b
a B
— b _1b
Cc D
a Ulkoyksikkd
b Sisayksikko
A/B/C/D Huone A/B/C/D
Esimerkki 3:
Huone
A B
Pinta-ala [m?] 20 30
Asennuskorkeus [m] 2,5 2,5
Alin maanalainen kerros — —
Muut kerrokset ° °
Tayttoraja [kg] — 22,3
RXYSA4~6B7V/Y1B P DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Huone

Jarjestelman tayttoraja [kg]

22,3

Jarjestelman taytto [kg]

20,0

Arvio

m
'

A B

a Ulkoyksikko
b Sisayksikko
A/B Huone A/B

Esimerkki 4:

Huone

Pinta-ala [m?]

20

Asennuskorkeus [m]

2,5

Alin maanalainen kerros

Muut kerrokset

Tayttoraja [kg]

15,0

Jarjestelmadn tayttoraja [kg]

6,0

Jarjestelman taytto [kg]

12,0

Arvio

vt
A B

a Ulkoyksikkd
b Sisdyksikko
A/B Huone A/B

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Vuokaavio

Tarkista, tayttavatkod
huoneiden koot vaatimukset

v

Méarita kaikkien huoneiden, joihin
on asennettu sisayksikko tai joita
toisessa huoneessa oleva kanavoitu
sisayksikko palvelee, pinta-alat.
Katso edella olevan tekstin vaihe 1.

Alm? l

Johda kokonaistéyttoraja alimman
maanalaisen kerroksen ja muiden
kerrosten kayrista.

Katso edelld olevan tekstin vaihe 2.

Kokonais-
tayttoraja [kg]
Maéarita jarjestelman kokonais-

tayttomaara. Katso edella olevan
tekstin vaihe 3.

Kokonais-
tayttomaara [kg] Muuta asennusta:

1. Suurenna huoneen pinta-alaa.

TAI
2. Pienenna putkiston pituutta muuttamalla
sijoittelua.
TAI

3. Suurenna yksikon asennuskorkeutta tai
kanavan korkeutta.
TAI
4. Lisada muita vastatoimenpiteitd sovelletta-
vassa lainsaadanndssa kuvatulla tavalla.
TAI
5. Hienosaada jarjestelmaa tarkemmilla
laskelmilla VRV Xpress -sovelluksessa.

Katso edelld olevan tekstin vaihe 4.

Kokonaistayttdmaara
<
Kokonaistayttéraja?

Aloita asennus

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
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17 Yksikon asennus

VAROITUS

Asennuksen taytyy olla tatda R32-laitteistoa koskevien vaatimusten mukainen. Katso
lisatietoja kohdasta "3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten" [» 17].

Tassa luvussa

17.1  ASeNNUSPAIKAN VAIMISTEIU ....ouiiiiiiiieit ettt ettt ettt s et s ket s et s ettt 68
17.1.1  Ulkoyksikén asennuspaikan vaatimukset 68
17.1.2  Ulkoyksikon asennuspaikan lisavaatimukset kylmassa ilmastossa 71
17.2  Yksikon avaaminen ja sulkeminen 72
17.2.1  Tietoja yksikéiden avaamisesta 72
17.2.2  Ulkoyksikén avaaminen 72
17.2.3  Ulkoyksikén sulkeminen 73
17.3  Ulkoyksikon kiinnitys 73
17.3.1  Tietoja ulkoyksikdn kiinnityksesta.... 73
17.3.2  Varotoimet kun ulkoyksikkoa kiinnitetaan 73
17.3.3  Asennusrakenteen valmistelu 74
17.3.4  Ulkoyksikén asentaminen 75
17.3.5  Tyhjennyksen valmistelu 75
17.3.6  Ulkoyksikdn kaatumiSen @STAMINEN ..ottt e 76

17.1 Asennuspaikan valmistelu

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymisléhteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon siirtdmiseen paikalle ja sieltd

pois.

ALA asenna yksikkod usein tyontekoon kaytettdviin paikkoihin. Yksikkd TAYTYY
peittda sellaisten rakennustoiden (esim. hionnan) ajaksi, joissa syntyy paljon polya.

17.1.1 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset

i

TIETOJA

Lue myos seuraavat vaatimukset:
= Asennuspaikan yleiset vaatimukset. Katso "2 Yleiset varotoimet" [ 8].
* Huoltotilavaatimukset. Katso "28 Tekniset tiedot" [» 151].

= Kylmaaineputkiston vaatimukset (pituus, korkeusero). Katso
"18.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset" [» 77].

i @

TIETOJA

Laitteisto tayttaa kaupallisen ja kevyen teollisuuden sijoituspaikan vaatimukset, kun
se asennetaan ja sita huolletaan ammattimaisesti.

HUOMAUTUS
Laite ei ole yleison saatavilla. Asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo
paasta.

Tama yksikko soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Ulkoyksikkd on  suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin
ulkolampatiloihin:

Lammitys -20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Jaahdytys —-5~46°C DB

Huomautus: Jos ulkoyksikkd asennetaan sisille, tarkista sovellettava lainsaadanto.

HUOMIO
Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa

elektronista kohinaa. Laite tayttda maaritykset, jotka on suunniteltu takaamaan
riittdva suoja tallaista hairiota vastaan. Yksittdisen asennuksen hairiottomyytta ei
kuitenkaan voida taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot niin, ettd ne ovat riittavan
etdalld stereolaitteista, tietokoneista yms.

Tietokone tai radio

a
b Sulake

¢ Maavuotosuoja

d Kayttoliittyma

e Sisayksikko (vain viitteellinen)
f Ulkoyksikko

= Jos vastaanotto on heikko, etdisyyksien tulee olla vahintddn 3 m
sahkomagneettisten hairididen valttamiseksi, ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on
kaytettava putkijohtoja.

= Varmista, ettd yksikon ymparilld on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.

= Varmista, ettd yksikkod on vaakatasossa.

= Valitse paikka, joka on suojattu sateelta mahdollisimman hyvin.

= Varmista, ettd vesi ei vuodon sattuessa paase vaurioittamaan asennustilaa ja sen
ymparistoa.

= Varmista, etta yksikdn tuloilma-aukko ei ole vallitsevan tuulen puolella. Vastatuuli
haittaa yksikdon toimintaa. Asenna tarvittaessa tuulieste.

= Varmista, ettd vesi ei voi vaurioittaa sijoituspaikkaa, lisdamalld alustaan
viemardinti ja estamalla vesilukkojen muodostuminen rakenteisiin.

= Valitse paikka, jossa kayntidani tai yksikosta poistuva kuuma/kylma ilma ei
hairitse ketdan ja joka on sovellettavan lainsdadannon mukainen.

= Lammodnvaihtimen rivat ovat terdvia ja voivat aiheuttaa vammoja. Valitse
asennuspaikka, jossa loukkaantumisen vaaraa ei ole (etenkin alueilla, joissa voi
olla leikkiva lapsia).

ALA asenna yksikkd3 seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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= Paikkaan, jossa on sdahkomagneettisia  aaltoja  sdteilevia laitteita.
Sahkdomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

Paikkaan, jossa muodostuu syovyttavia kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraaliéljysumua, roiskeita tai hoyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

Adnelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kdyttdddnet eivat
aiheuta ongelmia.
Huomautus: Jos aani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi

olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Adnen spektri mainittu d&nenpainetaso
ympadristdn melun ja danten heijastumisen takia.

° TIETOJA
l Adnenpainetaso on alle 70 dBA.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon

= Ajoneuvot tai laivat

= Tilat, joissa on happamia tai emaksisid hoyryja

Asennus merenrannalle. Varmista, ettd ulkoyksikkd ElI ole suoraan alttiina

merituulille. N&in estetddan ilman korkeiden suolapitoisuuksien aiheuttama
korroosio, joka voi lyhentaa yksikon kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikkd suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

o
H HHBHBA

o | []

a Merituuli
b Rakennus
¢ Ulkoyksikko

Jos ulkoyksikkd on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.
= Tuulisuojan korkeus 21,5 x ulkoyksikoén korkeus
= Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuojaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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S B
Qo
H HHBHBA

[ 1]

a Merituuli
b Rakennus
¢ Ulkoyksikko
d Tuulisuoja

Voimakkaat tuulet (218 km/h), jotka puhaltavat ulkoyksikon ilman ulostuloaukkoon
aiheuttavat oikosulun (poistoilman imun). Seurauksena voi olla:

kayttokapasiteetin heikentyminen;
= sdanndllinen jaatymisen kiihtyminen lammitystoiminnossa;
= kayton hairiintyminen alhaisen tai korkean paineen takia;

hajonnut puhallin (jos voimakas tuuli puhaltaa jatkuvasti puhaltimeen, se saattaa
alkaa pyoria erittain nopeasti, kunnes hajoaa).

On suositeltavaa asentaa suojalevy, kun ilman ulostuloaukko on alttiina tuulelle.

On suositeltavaa asentaa ulkoyksikkd niin, ettd ilman tuloilma-aukko on seinaa pain
EIKA suoraan alttiina tuulelle.

a Estolevy
b Vallitseva tuulen suunta
c Poistoilma

17.1.2 Ulkoyksikdén asennuspaikan lisdvaatimukset kylmassa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkda suoralta lumisateelta ja varmista, ettd ulkoyksikko El voi jaada
lumen alle.

RXYSA4~6B7V/Y1B 'DA IKIN Asentajan ja kéyttajan viiteopas
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Lumisuoja tai vaja

Jalusta (vahimmaiskorkeus = 150 mm)
Vallitseva tuulen suunta

lImanpoisto

o n T O

Lunta voi kerdantya ja jaatya lammonvaihtimen ja yksikon kotelon valiin. Tama voi
heikentdd toimintatehoa. Katso lisdtietoja tdman estamisestd  (yksikon
kiinnittamisen jalkeen) kohdasta "17.3.5 Tyhjennyksen valmistelu" [» 75].

HUOMIO
Kun yksikkoa kaytetdan alhaisessa ulkolampoétilassa kosteissa olosuhteissa, muista

pitdaa yksikon  tyhjennysreidt vapaina kdyttamalla valinnaista pohjalevyn
|[dmmitinsarjaa (katso "15 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista" [» 53]).

17.2 Yksikon avaaminen ja sulkeminen

17.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta

Yksikko on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:
= Kylmdaineputkistoa liitettdessa

= Kun sahkodjohdot kytketdan

= Kun yksikkod pidetdan kunnossa tai huolletaan

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

17.2.2 Ulkoyksikdn avaaminen

A\
A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
72 VRV 5-S -jarjestelmailmastointilaite
4P848372-1A - 2026.07



17 | Yksikon asennus
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17.2.3 Ulkoyksikon sulkeminen

HUOMIO
Kun suljet ulkoyksikon kantta, varmista, etta kiristysmomentti El ylitd arvoa 4,1 Nem.

=

—
—

==

\/
=
(=

_—

S
-

%

\

17.3 Ulkoyksikon kiinnitys

17.3.1 Tietoja ulkoyksikon kiinnityksesta

Tyypillinen tyonkulku

Ulkoyksikon kiinnittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Asennusrakenteen valmistelu.

2 Ulkoyksikdn asentaminen.

3 Tyhjennyksen valmistelu.

4 Yksikon kaatumisen estaminen.

17.3.2 Varotoimet kun ulkoyksikkda kiinnitetdan

TIETOJA

o
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= "2 Yleiset varotoimet" [» 8]

= "17.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 68]

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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17.3.3 Asennusrakenteen valmistelu

Tarkista asennuspaikan maan kestdvyys ja tasaisuus, jotta yksikkd ei aiheuta
toimintavarinda tai -melua.

Kiinnita yksikko turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen mukaisesti.

Ota valmiiksi 4 sarjaa ankkuripultteja, muttereita ja aluslaattoja (ei sisally
toimitukseen) seuraavasti:

(mm)

a Yksikon pohjalevyn poistoaukkoja ei saa peittaa.

TIETOJA

Ylempien ulostyontyvien pulttien suositeltu korkeus on 20 mm.

i @

HUOMIO
Kiinnita ulkoyksikko ankkuripultteihin kayttamalld muttereita ja muovialuslevyja (a).

Jos kiinnitysalueen pinnoitus kuoritaan pois, metalli voi ruostua helposti.

amil

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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17.3.4 Ulkoyksikdn asentaminen

>

--=—-@-@-

17.3.5 Tyhjennyksen valmistelu

= Varmista, etta tiivistyva vesi voidaan tyhjentaa oikein.
= Asenna yksikkod alustalle, jolta vedenpoisto voidaan toteuttaa asianmukaisesti,
jotta valtetdan jaan kertyminen.

= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava johtamaan yksikosta poistuva
poistovesi.

= Estd poistoveden tulviminen jalankulkutielle, jotta se El tulisi liukkaaksi ulkoilman
[dmpdtilan ollessa pakkasen puolella.

= Jos asennat yksikdn kehikkoon, asenna vedenpitdva levy yksikdn alapuolelle
enintddn 150 mm:n etaisyydelle yksikdn pohjasta, jotta vesi ei padse yksikkdon ja
jotta poistovetta ei padse tippumaan (katso seuraava kuva).

° TIETOJA

l Tarvittaessa voit kayttdd tippavesiallasta (ei sisally toimitukseen) estamaan
poistoveden tippumisen.

takaosaa kohti. Tama on tarpeen kunnollisen tyhjennyksen varmistamiseksi.

HUOMIO

Jos ulkoyksikon poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai lattiapinnan peitossa, nosta
yksikkod, jotta ulkoyksikon alle jaa vahintaan 150 mm vapaata tilaa.

HUOMIO
Jos yksikkoa El VOI asentaa tdysin vaakasuoraan, varmista, etta kaltevuus on yksikon

2150 mm

NI
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Poistoaukot (mm)

&
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A Poistopuoli
B Ankkuripisteiden valinen etaisyys
C Pohjakehys
D Poistoaukot
E Léapivientiaukko lunta varten

Lumi

Alueilla, joilla sataa lunta, lunta voi kerddntya ja jaatya lammaonvaihtimen ja yksikon
kotelon valiin. Tama voi heikentda toimintatehoa.

TIETOJA

°
l Valinnainen pohjalevyn lammitin (EKBPH250D7) kannattaa asentaa, kun yksikko
asennetaan kylmaan ilmastoon.

17.3.6 Ulkoyksikon kaatumisen estaminen

Jos yksikko asennetaan paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat kallistaa yksikkoa,
suorita seuraavat toimet:

1 Valmistele 2 vaijeria seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisally toimitukseen).
2 Aseta 2 vaijeria ulkoyksikon paalle.

3 Aseta kumilevy vaijerien ja ulkoyksikon valiin, jotta vaijeri ei naarmuta maalia
(ei sisally toimitukseen).

Kiinnita kaapelien paat.

Kiristd kaapelit.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Putkiston asennus

HUOMAUTUS

Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, ettd tama
asennus tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

Tassa luvussa

18.1  Kylmaaineputkiston valmistelu

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2  Kylmaaineputkiston liittaminen

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

18.3  Putkiston tiedot, kun kyseessa on vaihto
18.4  Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen....

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Kylmaaineputkiston vaatimukset

Kylmaaineputkiston materiaali
Jaahdytysputkiston eristys

Putkiston koon valitseminen

Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen

Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Tietoja kylmaaineputkiston liittdmisesta....

Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa....

Putken taivutusohjeet........cccoeviiiiieiiees
Litistettyjen putkien irrottaminen

Putken paan juottaminen

Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttaminen...

Kylmaaineputkiston liittaminen ulkoyksikkoon

Kylmaaineen haaroitussarjan littdminen

Tietoja kylmaaineputkiston tarkistamisesta

Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia ohjeita

Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus

Vuototestin suorittaminen...
Alipainekuivauksen suorittaminen

18.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

Jos kyseessa on R410A-yksikon vaihto, katso tarkeitd tietoja myos luvusta
"18.3 Putkiston tiedot, kun kyseessa on vaihto" [» 90].

18.1.1 Kylmdaineputkiston vaatimukset

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmaaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettyd, saumatonta kupariputkea kylméaaineputkistoa varten.

i

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [) 8].

= Putkien sisalld saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan lukien <30 mg/

10 m.

18.1.2 Kylmaaineputkiston materiaali

Putken materiaali

Fosforihappopelkistetty saumaton kupari

Laippaliitannat

Kayta vain karkaistua materiaalia.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija (@) Temperointiaste Paksuus (t)®
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) >0,80 mm \@t
9,5 mm (3/8") .

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Karkaistu (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Puolikarkaistu (1/2H) |>0,80 mm

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikén suurimman tydpaineen mukaan (katso PS High
yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita paksumpia putkia.

18.1.3 Jaahdytysputkiston eristys

= Erityksen paksuus:

Ympariston lampaotila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

18.1.4 Putkiston koon valitseminen

Maarita oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla (vain
viitteellinen).

VRV DX

Cc1 |C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [3-3][34]

1 Ulkoyksikkod
2 Kylmaaineen haaroitussarjat
3-1~3-4 VRV DX -sisayksikot
A Putkisto ulkoyksikon ja kylmdaineen (ensimmadisen) haaroitussarjan valilla
B-1,B-2 Kylmaaineen haaroitussarjojen valinen putkisto
C-1~C-4 Kylmaaineen haaran ja sisayksikon valinen putki
Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana, voidaan kayttda
my6s muita lapimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat asiat otetaan huomioon:

= Valitse tarvittavaa kokoa Iahinna oleva putkikoko.

= Kaytd sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon (hankitaan
erikseen).

= Lisdkylmaaineen laskentaa taytyy saatdaa kohdan "19.4 Lisattavan kylmaaineen
maardan maarittaminen" [» 100] mukaisesti.

A: Putkisto ulkoyksikon ja kylmdaineen (ensimmadisen) haaroitussarjan valilla

Jos ulkoyksikdn ja kauimpana olevan sisayksikon valinen vastaava putkipituus on
vahintdan 90 m (b+d), paakaasuputken (b) kokoa on suurennettava. Jos suositeltua
kaasuputkikokoa (suurempi koko) ei ole saatavana, on kaytettdva vakiokokoa (josta
voi olla seurauksena pieni kapasiteetin lasku).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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M g AP

Ulkoyksikkd

Padkaasuputki (suurenna putkiston kokoa, jos pituus b+d > 90 m)
Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja

Putkisto sisayksikon ja kylmaaineen ensimmaisen haaroitussarjan valilld
Kauimpana oleva sisayksikko

D QQn T O

Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]

kapasit(eet;ityyppi Kaasuputki Nesteputki
HP

Standardi Suurempi koko
(vain b)

4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Kylmaaineen haaroitussarjojen valinen putkisto

Valitse seuraavasta taulukosta mydtavirtaan liitetyn sisayksikdn kokonaistehotyypin
mukaan. Ald anna liitdntaputkiston ylittaa yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa
kylmaaineen putkikokoa.

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm)]
indeksi Kaasuputki Nesteputki
0<x<182 15,9 9,5

Esimerkki: Alavirran teho B-1:lle = yksikon 3-1 tehoindeksi + yksikon 3-2
tehoindeksi

C: Kylmaaineen haaran ja sisayksikon vélinen putki

Kayta samoja halkaisijoita kuin sisayksikdiden liitdnnoissa (neste, kaasu).
Sisdyksikoiden halkaisijat ovat seuraavat:

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm]
indeksi Kaasuputki Nesteputki
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen

Katso putkistoesimerkki kohdasta "18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 78].

Jakotukki ensimmadisessa haarassa (ulkoyksikén puolelta laskettuna)

Kun kaytetdan jakotukkeja ensimmaisessd haarassa ulkoyksikon puolelta
laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon kapasiteetin mukaisesti.
Esimerkki: -jakotukki A—>B-1.

Ulkoyksikon kapasiteettityyppi (HP) Kylma&aineen haaroitussarja
4~6 KHRQ22M20TA

Jakotukit muissa haaroissa

Muissa kuin ensimmadisen haaran jakotukeissa valitse oikea haaroitussarjamalli
kaikkien kylméaainehaaran jalkeen liitettyjen sisdyksikdiden kokonaistehoindeksin
perusteella. Esimerkki: -jakotukki B-1->C-1.
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Sisdayksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<182 KHRQ22M20TA

Refnet-haaroittimet

Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-haaroittimen
alapuolelle liitettyjen sisdyksikoiden kokonaistehon mukaan.

Sisdyksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<182 KHRQ22M29H
° TIETOJA
l Haaroittimeen voidaan liittda enintdan 8 haaraa.

18.1.6 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot
Liitdnta vain VRV DX -sisdyksikoihin

Putkiston pituuksien ja korkeuserojen on tdytettdva seuraavat vaatimukset.
Huomautus: Samat putkiston rajoitukset koskevat myos EKVDX-yksikdita

Vaatimus Raja

Putkiston suurin todellinen pituus 120 m
= Esimerkki 1, yksikko 8: a+b+c+d+e+f+g+p<raja
= Esimerkki 2, yksikkd 6: a+b+h<raja

= Esimerkki 2, yksikko 8: a+i+k<raja

= Esimerkki 3, yksikko 8: a+i<raja

Putkiston suurin ekvivalenttipituus® 150 m

Putkiston suurin kokonaispituus 300 m
= Esimerkki 1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<raja

Maksimipituus, ensimmainen haaroitussarja—sisdyksikko 40m
= Esimerkki 1, yksikko 8: b+c+d+e+f+g+p<raja
= Esimerkki 2, yksikko 6: b+h<raja

= Esimerkki 2, yksikko 8: i+k<raja

= Esimerkki 3, yksikko 8: i<raja

Suurin korkeusero ulkoyksikké— | Ulkoyksikko sisdyksikkda 50m
sisdyksikko korkeammalla

= Esimerkkeja: H1l<raja

Ulkoyksikkd sisdyksikkoa alempana | 40 m

@ QOletetaan, ettd jakotukin putken ekvivalenttipituus = 0,5 m ja haaroitin = 1 m (putkien
ekvivalenttipituuden laskemista varten, ei kylmaaineen lisdyslaskutoimituksia varten).

& 18-1 Esimerkki 1: vain jakotukit

<q  Jakotukki
1~8 VRV DX -sisayksikot

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18-2 Esimerkki 2: jakotukit ja haaroitin

<q  Jakotukki
C—D Refnet-haaroitin
1~8 VRV DX -sisayksikot

18-3 Esimerkki 3: vain refnet-haaroitin

C— D Refnet-haaroitin
1~8 VRV DX -sisayksikot

Liitdntd VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmaasettelu)
ja liitdnta vain useisiin ilmankasittely-yksikéihin (moniasettelu)

° TIETOJA
l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

a  Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko

¢ limankasittely-yksikko (AHU)

d EKEXVA-sarja

e VRV DX -sisdyksikko (kanava)

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikosta tai viimeisesta 50 m/55 m®
usean ulkoyksikon putkihaarasta (A+B,
A+C, A+D)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m
(8,C, D)
Putken kokonaispituus 300 m

@ Pienin sallittu pituus on 5 m.
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Liitanta vain yhteen ilmankasittely-yksikkoon (pariasettelu)

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)
Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta 50 m/55 m®@
usean ulkoyksikon putkihaarasta
Putken kokonaispituus 150 m®

@ Pienin sallittu pituus on 5 m.
®) Enintaan kolme putkihaaraa ovat mahdollisia AHU:n ja lomitetun lammonvaihtimen

kanssa.

Sallittu korkeusero

Termi Maaritelma Korkeusero [m]
H1 Ulko- ja sisayksikoiden 50/40%
valinen korkeusero 40/40"
H2 Sisayksikdiden valinen 15
korkeusero
H3 EKEXVA-sarjojen ja AHU- 5

yksikéiden valinen
korkeusero

@ sallittu korkeusero on 50 m, jos ulkoyksikké on ylempana kuin sisdyksikké, ja 40 m, jos
ulkoyksikkd on alempana kuin sisdayksikko. Jos kaytetadn vain VRV DX -sisdyksikoita, ulko- ja
sisdyksikoiden sallittu korkeusero voi olla jopa 90 m, ilman ettd tarvitaan mitaan
lisdvarustesarjaa. Varmista talloin, etta kaikki alla olevat ehdot tayttyvat:

Ulkoyksikko on korkeammalla kuin sisayksikot:
e Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "18.1.4 Putkiston koon

valitseminen" [» 78])

* Aktivoi ulkoyksikkoasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

Ulkoyksikké on matalammalla kuin sisayksikot:
¢ Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "18.1.4 Putkiston koon

valitseminen" [» 78])

« Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
®) VRV DX -sisdyksikdiden ja AHU:iden, useiden AHU:iden (EKEXVA-+EKEA-sarjat) yhdistelmat
ja lisdksi vain yhden AHU:n liitanta.

18.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

18.2.1 Tietoja kylméaaineputkiston liittdmisesta

HUOMIO

®

Maarita tarvittavat liitoskappaleet tarkistamalla yksikon ja kenttaputkiston koot.

Ennen kylmaaineputkiston liittamista

Varmista, etta ulko- ja sisayksikdt on asennettu.

Tyypillinen tyonkulku

Kylmaaineputkiston liittamiseen sisaltyy:

= Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkdon

= Kylmaaineen haarasarjojen liittdminen

= Kylmaaineputkiston
asennusopasta)

liitttdminen

sisayksikoihin (katso

sisayksikdiden

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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= Kylmaaineputkiston eristdminen
= Pida mielessa seuraavat ohjeet:

- Putken taivutus
- Putken péiden laipoitus

Juotos

Sulkuventtiilien kaytto

18.2.2 Kylmdaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

if VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

HUOMIO
ALA koskaan asenna kuivainta tdhan yksikkdon, jotta sen kdyttoika voitaisiin taata.

Kuivausaine saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

HUOMIO
Ota seuraavat kylmaaineputkistoon liittyvat varotoimenpiteet huomioon:

= Valta kaiken muun kuin maaritetyn kylmaaineen sekoittumista kylmaainekiertoon
(esim. ilman).

Kayta vain R32:ta, kun lisaat kylmaainetta.

= Kayta vain  R32-kylmaaineelle  tarkoitettuja  asennustyokaluja  (esim.
paineensaatomittari), jotka kestdvat painetta ja joiden avulla estetdan
epdpuhtauksien  (esim.  mineraalidljyjen ja  kosteuden) sekoittuminen
jarjestelmaan.

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estaaksesi lian, nesteen tai polyn
padsyn putkistoon.

* QOle varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi.

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikko >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken pada

Sisayksikko Asennusajasta riippumatta litistamalla tai teipilla

HUOMIO
ALA avaa kylm3aineen sulkuventtiilid ennen kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun

kylmdainetta on lisdttava, on suositeltavaa avata kylmdaineen sulkuventtiili tayton
jalkeen.

18.2.3 Putken taivutusohjeet

Kaytda putkentaivutinta  taivutukseen.  Putkien taivutusten tulee olla
mahdollisimman loivia (taivutussateen tulee olla 30~40 mm tai suurempi).

18.2.4 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkilovahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.
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Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2 Liita alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien sulkuventtiilien
huoltoporttiin.

!

o4 a
S

— b

T

a Huoltoportti
b Sulkuventtiili

3 Ota talteen kaasu ja 0ljy litistetyista putkista kayttamalla talteenottoyksikkda.

HUOMAUTUS
ALA p3asts kaasuja ilmakehain.

4 Kun kaikki kaasu ja Oljy on otettu talteen litistetyistd putkista, irrota
tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Katkaise kaasun ja nesteen sulkuventtiilin putkien alaosa mustaa viivaa pitkin.
Kayta asianmukaista tyodkalua (esim. putkileikkuri).

A

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat kenttdputkiston
liittamista, siltd varalta, etta kaikkea ei saatu talteen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18.2.5 Putken paan juottaminen

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdnndssa huomioitavaa. Lisdad juotosmateriaalia kuvan

mukaisesti.
<025.4

1

X

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estadksesi suuren hapettuneiden kalvojen
madran syntymisen putkien sisalle. Tama kalvo haittaa jaahdytysjarjestelman
venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja estda asianmukaisen kayton.

= Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiililla 20 kPa (0,2 bar) (ts. vain
sen verran, etta se tuntuu iholla).

a b c d e

M
<f : um’u}w '

Kylmdaineputkisto

Juotettava osa

Teippaus

Kasiventtiili

Paineenalennusventtiili

Typpi

= ALA kaytd hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja. Sen jaannos

voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

= ALA kaytd juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylméaineputkia. Kayta
juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka El vaadi juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittdin haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos esimerkiksi
kdytetdaan klooripohjaista juoksutinta, se syovyttaa putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se vahingoittaa kylmaaineoljya.

-0 Q0 T QO

= Suojaa AINA ympardivat pinnat (esim. eristysvaahto) kuumuudelta juottaessasi.

18.2.6 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttaminen

Sulkuventtiilin kdsitteleminen
Huomioi seuraavat ohjeet:
= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.
= Varmista, ettd kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

= Alla olevissa kuvissa nadytetdan sulkuventtiilin kasittelyyn vaadittavien osien
nimet.

a Huoltoportti ja huoltoportin suojus
b Sulkuventtiili
¢ Putkiston liitanta
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d Sulkuventtiilin kansi
a b

k

e d c

a Huoltoportti

b Sulkuventtiilin kansi
¢ Kuusiokolo

d Akseli

e Venttiilinistukka

= Al3 kayta liikaa voimaa sulkuventtiilin kdantdmiseen. Venttiilin runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm, kaasupuoli: 6 mm) venttiiliin karaan ja
kierra venttiilin karaa:

Avaa vastapaivaan
Sulje myotapaivaan

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.

4 Kiristd sulkuventtiili kunnolla, kun avaat tai suljet sulkuventtiilin. Katso oikea
kiristysmomenttiarvo alla olevasta taulukosta.

HUOMIO
Liian pieni kiristysmomentti voi aiheuttaa kylmdainevuodon ja sulkuventtiilin
rikkoutumisen.

5 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt auki/kiinni.

Huoltoportin kasitteleminen
= Kaytd aina tayttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.
= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.
= Tarkista huoltoportin suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei kylmdainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtiilin Kiristysmomentti [Nem] (sulje kiertamalla myotapaivaan)
koko [mm)] Akseli
Venttiilin  |Kuusiokoloavai Hattu Huoltoportti
runko n (venttiilin
kupu)
?9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5716,5 6 mm 22,5~27,5
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18.2.7 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkéon

= Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisiltd vaurioilta.

HUOMIO
® Muista kadyttaa toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun teet putkitoita kentalla.

* Huolehdi siitd, ettd kentallda asennettu putkisto ei kosketa muita putkia eika ala-
tai sivupaneelia. Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitdinnassa putkiston riittavasta
eristyksestd, jotta se ei paase koskettamaan koteloa.

1 Toimiseuraavasti:

* Irrota huoltoluukku (a) ja ruuvi (b).
* |rrota putkiston syottolevy (c) ja ruuvit (d).

2
a Etupuoli
b Sivulta
¢ Takaa
d Alhaalla
i TIETOJA
a NS
<\'\ o
0
\> k\ |
N
b b b a b
* Irrota lapivientiaukko (a) pohjalevysta tai peitelevystd napauttamalla
kiinnityskohtia littedpaisella ruuvitaltalla ja vasaralla.
= Vaihtoehtoisesti leikkaa uurteet (b) auki metallisahalla.
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®

HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

* Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparistd maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkadisemiseksi.

3 Toimi seuraavasti:

= Liitd varustenesteputki (a) nesteen sulkuventtiiliin (juotto).
= Liita varustekaasuputki (b) kaasun sulkuventtiiliin (juotto).

HUOMIO

Juotettaessa: Juota ensin nestepuolen ja sitten kaasupuolen putket. Vie juotetanko
yksikon edesta ja juottolamppu oikealta puolelta niin, ettad juotettaessa liekki osoittaa
ulospdin. Valta kompressorin danieristyksen ja muiden putkien vaurioittamista.

Kiedo molemmat sulkuventtiilit markaan liinaan venttiilien sisdosien suojaamiseksi
ylikuumenemiselta.

a Juotetanko

b Palonkestava levy

¢ Lamppu

d Liekki

e Kompressorin danieristys
f Nestepuolen putkisto

g Kaasupuolen putkisto

Liitd kenttdputkisto varusteputkiin kdyttamallad yksikdbn mukana toimitettuja

taivutettuja putkia (juotto). Ota huomioon mutkien suunta.

®

HUOMIO

Suojaa aina ymparoivat pinnat (esim. johdot, eristysvaahto yms.) kuumuudelta
juottaessasi.

®

HUOMIO

Muista avata  kaikki  sulkuventtiilit ~ kylmamaineputken  asentamisen ja
tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen. Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit
kiinni voi rikkoa kompressorin.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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18.2.8 Kylmaaineen haaroitussarjan liittdminen

Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana tulevassa
asennusoppaassa.
= Kiinnita jakotukki niin, etta se haarautuu joko vaakasuoraan tai pystysuoraan.

= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A Dl a
77,

*'fa
WA

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

Q. n T O
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18.3 Putkiston tiedot, kun kyseessa on vaihto

HUOMIO
Varmista, etta kenttdasetus [2-49] "Uusi asennus tai vaihtoasennus" on asetettu

oikein.

R32:n syttyvyyden takia VRV IV (R410A) -jarjestelman korvaaminen talla yksikolla
edellyttad myos sisayksikoiden ja sdatimien vaihtamista (katso "16 R32-yksikdiden
eritysvaatimukset" [» 56]).

HUOMIO
Jos jarjestelmassa on RA DX-yksikko (asunnon ilmastointi), se taytyy vaihtaa VRV DX

-yksikkdon, jolla on vastaava kapasiteetti.

... - ="
b b b[
c@- | . @
Vaihda:

a Lampopumppu, ulkoyksikko

b VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

¢ Kaukosaadin
Kayta uudelleen:
— Kylmdaineputkisto
=m=== Johdotus

Yleisia tietoja R410A-putkistosta

Tama yksikkd voi korvata R410A:ta kylmdaineena kayttdavat VRV IV -jarjestelmat.
Vaihto R32:een edellyttda muutoksia nykyiseen putkistoon:

= R410A-putkisto on yleensd suurempi kuin R32-putkisto, joten liitdntojen
yhteensopimattomuutta saattaa esiintya. Kayta supistus- tai laajennuskappaleita
tarpeen mukaan.

HUOMIO
Madrita tarvittavat liitoskappaleet tarkistamalla yksikon ja kenttaputkiston koot.

= Putkiston puhtaus: puhdista olemassa oleva putkisto tarvittaessa R410A-6ljyn
jadmista ennen kayttamistd R32:n kanssa.

HUOMIO
[Imankasittely-yksikon lammonvaihtimet tdytyy puhdistaa tai vaihtaa, jotta

ilmankasittely-yksikoitd voidaan kayttaa uudelleen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Kenttaputkiston puhdistusvaatimukset

Jos yksikkda kaytetaan vaihtoon, tarkista seuraavan vuokaavion avulla, voidaanko
olemassa oleva putkisto kayttda uudelleen ja taytyykd muita toimenpiteita tehda:

( Sen tarkistaminen, taytyyko uudelleen kaytettava putkisto puhdistaa >

KYLLA
Kokonaispituus < 35 metria?

Yksikko toimintakunnossa El

(jaahdytystila)?

KYLLA
Onko B <205,5?

El

Kokonaispituus < 43 metria?

I KYLLA
KYLLA Onko A < 205,5?

v

Kayta 30 minuuttia jaahdytystilassa sisayksikdiden
enimmaismaaralla, suurimmalla sisatuulettimen
nopeudella ja alimmalla asetuspisteella. El

v v

v
< Uudelleen kaytettavia putkia ei tarvitse puhdistaa > < Kenttaputkisto taytyy puhdistaa(*) >

* Jos kenttaputkistoa ei ole mahdollista puhdistaa, se taytyy vaihtaa osittain tai kokonaan vuokaavion ehtojen
tayttamiseksi (katso alla oleva esimerkki).
A/B Laske kerroin A tai B kayttamalla alla olevia kaavoja.

Kaavat
A=[(X,x022,2x5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%x3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X;x@9,5x2,15)]

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X;x@9,5x3,42)]

X,.s Kaasuputkiston kokonaispituus [m], koko @a

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Esimerkki
VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Ulkoyksikkod

2 Kylmaaineen haaroitussarjat
3-1~3-4 VRV DX -sisdyksikot

A Putkisto ulkoyksikon ja kylmdaineen (ensimmaisen) haaroitussarjan valilla
B-1,B-2 Kylmaaineen haaroitussarjojen valinen putkisto
C-1~C-4 Kylmaaineen haaran ja sisdyksikon vélinen putki

Yksikko ei ole toimintakunnossa tata esimerkkia varten, joten lasketaan kerroin B
vuokaavion mukaisesti:  B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9%x4,3)+
(X,x@12,7x3,34)+(X;x@9,5%3,42)]

Tata esimerkkid varten pituudet ja ldpimitat ovat seuraavat, kun lasketaan B
kullekin putkelle:

Uudelleen Kaasuputken lapimitta Kaasuputken pituus Kaava Arvo B
kaytettava putki

A 19,1 mm 10m 10 m x 5,84 58,40

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70
Yhteensa 65 m 251,70

Kokonais-B > 205,5 - putkisto taytyy puhdistaa.

Jos putkistoa ei ole mahdollista puhdistaa, riittaa, jos osion A kaasu- ja nesteputket
vaihdetaan.

Kun osion A putket on vaihdettu uusiin, kertoimeksi B saadaan:

Uudelleen Kaasuputken ldpimitta Kaasuputken pituus Kaava Arvo B
kdytettava putki
A 19 -mm 10 10-mx5.84 58,40
(jata A pois laskutoimituksesta)

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15mx3,34 50,10
c-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70
Yhteensa 55m 193,3

Kokonais-B < 205,5 —> putkistoa ei tarvitse puhdistaa.
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18.4 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen

18.4.1 Tietoja kylméaaineputkiston tarkistamisesta

Onko kylmaaineputkityst Ei NV o

tehty? > Viim putkityot
l Kylla

Sisayksikéihin ja/tai Ei

ulkoyksikkddn on jo kytketty >

virta?

Kayté menettelya:
l Kylla Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittdin tarkeada, ettd kaikki kylmaaineputkityét tehddan ennen virran
kytkemistd yksikoihin  (ulko- tai sisd-). Kun yksikdihin  kytketdan virta,
paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, etta venttiilit sulkeutuvat.

HUOMIO

Kenttdputkiston ja sisdyksikoiden vuototestia ja alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun
kenttdputkiston paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmaan ei ole vield kytketty virtaa, vuototestin ja alipainekuivauksen
suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso "22.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttdminen" » 123]). Taméa  asetus avaa paisuntaventtiilit
kylmadaineputkikdytavan  takaamiseksi ja  mahdollistaa  vuototestin  ja
alipainekuivauksen suorittamisen.

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA
@ HUOMIO

Varmista, etta kaikkiin ulkoyksikkdon liitettyihin sisayksikoihin on kytketty virta.

HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta ulkoyksikkd on suorittanut
alustuksen loppuun.

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmaaineputkiston liitdntojen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmdaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmé&aineputkistossa olevan kosteuden
poistamiseksi.
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Jos kylméaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi putkistoon on paassyt
vettd), suorita ensin alla olevaa alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus
on poistunut.

Kaikki yksikon sisalld olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy tarkistaa. Varmista
siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen suorittamista, etta kaikki ulkoyksikon
sulkuventtiilit on suljettu kunnolla.

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja alipaineistamisen aloittamista, etta kaikki putkiston
(erikseen hankitut) venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikdn sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso "18.4.3 Kylmdaineputkiston
tarkistaminen: Asennus" [» 94].

18.4.2 Kylmadaineputkiston tarkistaminen: Yleisia ohjeita

Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin huoltoporttiin
tehokkuuden parantamiseksi (katso "18.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus" [» 94]).

HUOMIO
Kaytda 2-vaiheista takaiskuventtiililla  tai  magneettiventtiilillda  varustettua

alipainepumppua, joka voi tyhjentdad manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

HUOMIO
Varmista, ettei 06ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan jarjestelméaan, kun

pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIO
Ala poista ilmaa kylma3aineilla. Tyhjenné jarjestelma tyhjispumpulla.

18.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R32-kylmaainesailio (imujarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili

Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C

OW>PMmK -~® 20 TO

Venttiili Tila
Venttiili A Avaa

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Venttiili Tila
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje

HUOMIO
Myos sisdyksikot taytyy vuoto- ja alipainetestata. Pida mahdolliset (erikseen hankitut)

putkiventtiilit myos auki.

18.4.4 Vuototestin suorittaminen

Tyhjiévuototesti

1 Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista manometripaineeseen —
100,7 kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjidpumppu ja tarkista, ettei paine nouse
ainakaan 1 minuuttiin.

3 Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso tyhjiokuivaus
alla) tai vuotoja.

Painevuototesti

1 Riko tyhji¢ paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa
(2 baaria). Ald koskaan aseta manometripainetta yksikdn maksimitydpainetta
korkeammaksi, ts. 3,52 MPa (35,2 bar).

Testaa vuodot levittamalla vaahtokoeliuosta kaikkiin putkiliitoksiin.

Poista kaikki typpikaasu.

HUOMIO
Kayta aina suositeltua, tukkumyyjalta saatavaa kuplatestiliuosta.

Al3 koskaan kayta saippuavetta:

® Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja
sulkuventtiilien suojusten murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisaltda suolaa, joka imee kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto
kylmenee.

= Saippuavesi sisdltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten
(messinkilaippamutterin ja kuparilaipan valissa) syopymista.

Vuotojen tarkistaminen kylmaaineen tdyton jilkeen

Kun jarjestelmaan on lisatty kylmaainetta, taytyy suorittaa lisdvuototesti. Katso
"19.8 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmaaineen
tayton jalkeen" [» 104].

18.4.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

HUOMIO
Sisayksikoiden liitdnnat ja kaikki sisdyksikot tdytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida (jos on) kaikki (erikseen hankitut) venttiilit sisdyksikoihin myos auki.

Vuototesti ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkoon asetetaan
virransyottd. Muussa tapauksessa katso lisdtietoja kohdasta "18.4.1 Tietoja
kylmdaineputkiston tarkistamisesta" [r 93].
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Poista kaikki kosteus jdrjestelmdstd seuraavasti:

1 Tyhjenna jarjestelmaa vahintdan kaksi tuntia tavoitealipaineeseen —100,7 kPa

(—1,007 bar) (5 absoluuttista torria).

Tarkista alipainepumppu sammutettuna, etta tavoitealipaine sailyy vahintdan
yhden tunnin ajan.

Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei saily yhden tunnin
ajan, jarjestelmassd saattaa olla liikaa kosteutta. Riko tdssd tapauksessa
alipaine paineistamalla typpikaasulla manometripaineeseen 0,05 MPa
(0,5 baaria) ja toista vaiheita 1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

Sen mukaan, haluatko lisdta valittomasti kylmaainetta kylmaaineen
lisdysportin kautta tai esitdyttda ensin osan kylmaaineesta nestelinjan kautta,
avaa ulkoyksikon sulkuventtiilit tai pida ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "19.5 Kylmaaineen lisadminen" [» 101].

TIETOJA

°
l Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, ettd kylmaaineputkiston paine El

nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikon toimintaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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19 Kylmaaineen taytto

Tassa luvussa

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Kylmaaineputkiston liSdamiSeSSa NUOMIOITAVEE .. ...cuiieiiieeiieiiieie ettt 97
Tietoja kylmaaineen lisddmisesta. 98
Tietoja kylmaaineesta... 98

Lisattavan kylmadaineen maaran maarittaminen
Kylmaaineen lisdédminen
Kylmaaineputkiston lisdamisen aikana esiintyvia virhekoodeja .
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen
Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmadaineen tayton jalkeen

Kylmaaineputkiston eristaminen

19.1 Kylmaaineputkiston lisaamisessa huomioitavaa

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksia ja
onnettomuuksia.

= R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA paasta naita kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja suojalaseja.

HUOMIO

Jos joidenkin yksikoiden virta on katkaistu, lisdysmenettelyd ei voida suorittaa
loppuun.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun sisa- ja ulkoyksikoiden
virta kytketaan, kompressori ei toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikoiden
valilld on muodostettu oikein.

HUOMIO

Tarkista ennen lisdysmenettelyjen aloittamista, onko ulkoyksikén A1P-piirilevyn 7-
segmenttisen nayton ilmaisin  normaali (katso "22.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [r 123]). Jos ndkyvissé on vikakoodi, katso "26.3 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 145].

@ O 0o B

HUOMIO

Varmista, etta liitetyt sisdyksikot tunnistetaan (katso asetus [1-10] kohdassa
"22.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 125]).
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HUOMIO
Sulje etupaneeli ennen kylmdaineen lisaamistd. Jos etupaneelia ei ole kiinnitetty,

yksikko ei voi padatella oikein, toimiiko se kunnolla vai ei.

HUOMIO

Jos kyseessa on huolto eika jarjestelmassa (ulkoyksikko + kenttaputkisto + sisdyksikot)
enda ole kylmaainetta (esim. kylmaaineen talteenoton jalkeen), yksikkoon taytyy
lisatd alkuperdinen maara kylmaainetta (katso yksikon nimikilpi) ja maaritetty
kylmaaineen lisamaara.

HUOMIO
= Varmista, ettd eri kylmaaineet eivat likaannu tayttolaitteistoa kdytettaessa.

= Tayttoletkujen tai -linjojen tulee olla mahdollisimman lyhyitd niissa olevan
kylmdaineen maaran minimoimiseksi.

= Sylinterit taytyy pitdaa asianmukaisessa asennossa ohjeiden mukaisesti.

= Varmista, ettd kylmaainejarjestelma maadoitetaan ennen jdrjestelman
tayttamista  kylmaaineella.  Katso  "20.2  Ulkoyksikén  sdhkojohtojen
littaminen" [» 111].

= Merkitse jarjestelma, kun taytto on valmis.

= Jaahdytysjarjestelman ylitdyttdéd on ehdottomasti varottava.

HUOMIO
Ennen jarjestelman tayttamistda se on koeponnistettava asianmukaisella

tyhjennyskaasulla. Jarjestelma tdytyy vuototestata tayton jalkeen mutta ennen
kayttoonottoa. Seurantavuototesti tdytyy suorittaa ennen asennuspaikalta
poistumista.

19.2 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta

Ulkoyksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta asennettavan putkiston
mukaan kylmaainetta tdytyy lisata.

Ennen kylmaaineen lisdaamisesta

Varmista, ettd ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja
alipainekuivaus).

Tyypillinen tyonkulku

Kylmdaineen lisdys koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Maaritetaan, kuinka paljon kylmaainetta taytyy lisata.

2 Lisataan kylmaainetta (esitaytto ja/tai lisays).

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja kiinnitetddn se
ulkoyksikon sisapuolelle.

19.3 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&asta kaasuja ilmakehaan.
Kylmaainetyyppi: R32
[Imaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maardykset voivat edellyttda saannollisia tarkastuksia
kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisdtietoja asentajalta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos
kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= Al kayta yksikkdéd ennen kuin huoltohenkild on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmdaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etté jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdaadanto vaatii, etta yksikon
kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.
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19.4 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen

A

VAROITUS

Suurin sallittu kylméaaineen kokonaismaara madritetdadn pienimman jarjestelman
palveleman huoneen perusteella.

Katso kohdasta "16.2 Jarjestelman sijoitteluvaatimukset" [» 56], miten suurin sallittu
kylmdaineen kokonaismaara maaritetaan.

TIETOJA

Katso vaihtoasennuksissa nesteputkiston pituus- ja lapimittatiedot alkuperdisen
projektiasennuksen tiedoista (VRV Xpress).

i @

TIETOJA

Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen saadosta testauslaboratoriossa jalleenmyyjalta.

i @

° TIETOJA
l Merkitse muistiin tassa laskettu lisattdvan kylmaaineen maara kaytettavaksi
myohemmin kylmdaaineen lisatayttotarrassa. Katso "19.7 Fluorattuja

kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen" [» 103].

Kaava:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Lisattavan kylmaaineen maara [kg] ( pyoristettyna yhden desimaalin tarkkuudella)
X... Nesteputken kokonaispituus [m], lapimitta @a

Metrinen putkisto. Metrista putkistoa kdytettdessa korvaa kaavan painokertoimet
seuraavan taulukon kertoimilla:

Tuumaputkisto Metrinen putkisto
Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058
Liitdntasuhteen vaatimukset. Sisdayksikoitda valittaessa liitantdsuhteen on

tdytettava seuraavat vaatimukset. Katso lisatietoja teknisista rakennetiedoista.

Muita kuin taulukossa mainittuja yhdistelmia ei sallita.

Sisdyksikot | Sisdyksikdiden | Yhteensi CR® CR/tyyppi®
enimmaismaara VRV DX AHU
Vain VRV DX 64 50~130% 50~130% -
VRV DX + 64 50~110% 50~110% 0~60%
AHU
(yhdistelma)
Vain AHU 64 75'9~110% - 75'9~110%
(pari+ moni)

@ CR yhteensi = sisayksikdn kokonaiskapasiteetin liitdntidsuhde

®) CR/tyyppi = sallittu kapasiteetin liitantasuhde / sisayksikkotyyppi

@ Liitantasuhteella, joka on pienempi kuin 75% (65~110%), saattaa olla lisarajoituksia. Katso
EKEA + EKEXVA -opas.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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19.5 Kylmaaineen lisaaminen

Kylmdaineen lisdysprosessin  nopeuttamiseksi  suurissa  jarjestelmissa  on
suositeltavaa ensin esitdyttdd osa kylmaaineesta nestelinjan kautta ennen
manuaalista lisdystd. Tdma vaihe voidaan ohittaa, mutta talléin lisddminen kestaa
pidempaan.

Kylmaaineen esitaytto

Esitdyttd voidaan tehda ilman kdynnissd olevaa kompressoria liittamalla
kylmaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin.

1 Liitd kuvan mukaisesti. Varmista, ettd kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit ja
venttiili A on suljettu.

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R32-kylmaainesailio (imujarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili

Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C

2 Avaa venttiilit Cja B.

OWPm@ -~ L0 TOQ

Esitdytd kylmdainetta, kunnes maadritetty lisdttdvdan kylmadaineen maara
saavutetaan tai esitayttda ei voi enda jatkaa, ja sulje sitten venttiilit C ja B.

4 Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

Maaritetty lisattavan kylmaaineen Irrota jakotukki nestelinjasta.

Maara saavutetaan Kylmaaineen lisddminen

(kylmdaineen manuaalisessa
lisdystilassa) -ohjeita ei tarvitse
noudattaa.

Kylmaainetta lisattiin liilkaa Ota kylmaainetta talteen.
Irrota jakotukki nestelinjasta.

Kylmaaineen lisddminen
(kylmé&aineen manuaalisessa
lisdystilassa) -ohjeita ei tarvitse
noudattaa.

Madritettya lisattavan kylmaaineen Irrota jakotukki nestelinjasta.

maaraa ei ole viela saavutettu Jatka noudattamalla vaiheen

Kylmaaineen lisddminen
(kylmdaineen manuaalisessa
lisdystilassa) ohjeita.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite 101
4P848372-1A - 2026.07



19 | Kylmaaineen taytto

Kylmaaineen lisdiaminen (kylmaaineen manuaalisessa lisdystilassa)

Jaljella oleva kylmaaineen lisattdvda maara voidaan lisata kayttamalla ulkoyksikkoa
kylmaaineen manuaalisessa lisdystilassa.

5 Liitd kuvan mukaisesti. Varmista, ettd venttiili A on suljettu.

Vaaka

R32-kylmaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Kylmaaineen tayttoportti (Iammaonvaihdin)
Kylméaaineen tayttoportti (imu)

Venttiili A

HUOMIO
Kylmdaineen lisdysportti on liitetty yksikon sisalla olevaan putkistoon. Yksikon

sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen liittdessasi
tayttoletkua.

a
b
c
d
e
A

6 Avaa kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa venttiilin A taytyy pysya
kiinni!

7 Ota huomioon  kaikki  kohtien  "22  Maaritys" [ 120] ja
"23 Kayttoonotto" [» 137] varotoimet huomioon.
Kytke sisayksikdiden ja ulkoyksikon virta paalle.

Kaynnista kylmdaineen manuaalinen lisdystila aktivoimalla asetus [2-20].
Lisatietoja on kohdassa "22.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 127].

Tulos: Yksikko kaynnistyy.

TIETOJA

°

l Kylmaaineen manuaalinen lisdystoiminto pysdhtyy automaattisesti 30 minuutin
kuluttua. Jos lisdysta ei ole suoritettu 30 minuutin kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu sulkuventtiili), esiin tulee
vikakoodi. Katso talldin "19.6 Kylmaaineputkiston lisdamisen aikana esiintyvia
virhekoodeja" [» 103] ja ratkaise vika sen mukaisesti. Vika voidaan nollata
painamalla BS3. Voit aloittaa lisdysohjeet alusta.

i @

* Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttdd painamalla BS3. Yksikkod
pysahtyy ja palaa lepotilaan.

10 Avaa venttiili A.

11 Lisda kylmaainetta, kunnes maaritetty lisdattavan kylmaaineen maara
saavutetaan, ja sulje sitten venttiili A.

12 Pysaytd kylmaaineen manuaalinen lisdystila painamalla BS3.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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HUOMIO
Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmaaineen (esi-)lisayksen jalkeen.

Kompressori vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetaan sulkuventtiilit suljettuina.

HUOMIO
Kun kylmdaine on lisatty, ala unohda sulkea kylmaaineen lisdysportin kantta. Kannen

kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

19.6 Kylmaaineputkiston lisaamisen aikana esiintyvia virhekoodeja

TIETOJA

Jos tapahtuu toimintahairio, vikakoodi nadytetaan ulkoyksikon 7-segmenttisessa
naytossa ja sisayksikon kayttoliittymassa.

i

Jos toimintahairié tapahtuu, sulje venttiili A valittémasti. Tarkista vikakoodi ja ryhdy

vastaaviin  toimenpiteisiin, "26.3 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien
perusteella" [» 145].

19.7 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

Contains i gases a

oo

GWP: XXX

0-[ o
2 (1)
0+0= kg———d
lls =\ |5 = |tcozeq-—e
a Jos yksikon mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnitd se kohdan a paalle.

f

b Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikdn nimikilpi

¢ Lisatyn kylmaaineen maara

d Kylméaaineen kokonaismaara

e Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen kasvihuonekaasujen maara
ilmoitettuna CO,-ekvivalenttitonneina.

f GWP =ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadantd edellyttdd, ettd yksikon

kylmaaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

Madran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo x
kylméaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnitd tunnus ulkoyksikon sisdpuolelle. Sille on erillinen paikka
kytkentakaaviokilvessa.
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19.8 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta
kylmaaineen tayton jalkeen

Kentalla sisatiloissa tehtyjen kylmaaineliitosten tiiviystesti

1 K&ytd vuototestimenetelmaa, jonka herkkyys on vahintaan 5 g kylmaainetta/
vuosi. Testaa vuodot kayttamalla painetta, joka on vahintadn 0,25 kertaa
maksimityopaine (katso "PS High" yksikon nimikilvessa).

Jos vuoto havaitaan

1 Ota kylmaaine talteen, korjaa liitos ja toista testi.
Suorita vuototestit, katso "18.4.4 Vuototestin suorittaminen" [» 95].

Tayta kylmaaine.

H W N

Tarkista kylméaainevuodot tayton jalkeen (katso ylla).

19.9 Kylmaaineputkiston eristaminen

Tayttomenettelyn péaattamisen jdlkeen putkisto tdytyy eristdd. Ota huomioon
seuraavat seikat:

= Varmista, ettd liitdntdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on kokonaan
eristetty.

= Muista eristaa (kaikkien yksikodiden) neste- ja kaasuputket.

= Kayta 70°C lampotilaa sietdvaa polyeteenieristettd nesteputkistossa ja 120°C
lampotilaa sietdvad polyeteenieristetta kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmé&aineputkiston eristysta asennusymparistén mukaan.

Ympariston lampéotila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Ulko- ja sisayksikon valilla

HUOMIO
On suositeltavaa, ettd sisdyksikdn ja ulkoyksikon valinen kylméaaineputkisto

asennetaan kanavaan tai ettd kylméaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

1 Eristd ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

a Kaasuputki

b Kaasuputken eristys

¢ Yhteiskytkentdkaapeli
d Kenttdjohdotus (jos on)
e Nesteputki

f Nesteputken eristys

g Eristysnauha

2 Asenna huoltokansi.

Ulkoyksikon sisalla

Erista kylmaaineputkisto toimimalla seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Eristd neste- ja kaasuputket.

Kiedo lammoneristysmateriaalia mutkien ympadrille ja peitd se sitten
vinyyliteipilla (c, katso edell).

Varmista, etta kenttdputkisto ei kosketa mitdadn kompressorin osaa.
Tiivista eristeen paat (tiivistysaine tms.) (b, katso edella).

Suojaa kenttdputkisto terdviltd reunoilta kietomalla sen ymparille
vinyyliteippia (d, katso edelld)

Jos ulkoyksikkd asennetaan ylemmas kuin sisayksikko, peitd sulkuventtiilit
tiivistemateriaalilla, jotta sulkuventtiileihin tiivistyva vesi ei padse siirtymaan
sisayksikkoon.

HUOMIO
Paljas putki voi aiheuttaa kondensaatiota.

7 Asenna huoltokansi ja putkiston syottolevy paikoilleen.

8 Tiivista kaikki raot, jotta lumi ja pienet eldimet eivat pdase jarjestelmaan.

90

a Tiiviste

HUOMIO
Al3 tuki ilmanpoistoaukkoja. Se voi vaikuttaa ilman kiertokulkuun yksikén sisalla.

VAROITUS
Huolehdi siita, ettd pieneldimet eivat voi kadyttdaa yksikkoa suojapaikkanaan.

Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairiitd, savua tai
tulipalon.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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20 Sahkoasennus

HUOMAUTUS
Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, ettd tama

asennus tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

Tassa luvussa

20.1  Tietoja sahkojohtojen liittamisesta ............

20.1.1  Varotoimet sahkojohtoja kytkettdessa...
20.1.2  Tietoja sahkojohtimien kytkennasta
20.1.3  Léapivientiaukkojen teko-ohjeet
20.1.4  Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen....
20.1.5 Tietoja sahkévaatimustenmukaisuudesta

20.1.6  Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

20.2  Ulkoyksikon sahkojohtojen liittaminen
20.3  Ulkoisten lahtojen kytkeminen..........ccccceene.

20.4  Valinnaisen jadhdytyksen/lammityksen valintakytkimen liittdminen .
20.5  Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

20.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Tyypillinen tyonkulku

Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Varmistetaan, etta virtalahde vastaa kaikkia yksikdiden sahkomaarityksia.
2 Ulkoyksikdn sahkdjohtojen liittdminen.

3 Sahkojohtojen liittdminen sisdyksikkoon.

4 Paavirransyoton liittaminen.

20.1.1 Varotoimet sahkdjohtoja kytkettaessa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Laite on asennettava kansallisten kytkentdamaaraysten mukaisesti.

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitdannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalld hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [ 8].

1B BB P
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VAROITUS
= Jos virransy6tolla on puuttuva tai vdara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Al4 vaihda L- ja N-vaihejohtimien paikkoja, yksikkd vaurioituu.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssa on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentda suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMAUTUS

ALA tyénn4 tai jata tarpeettoman pitkid kaapeleita yksikkoon.

HUOMIO
Korkeajannite- ja matalajannitejohtojen valilla tulisi olla véahintdan 50 mm.

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmalld johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

20.1.2 Tietoja sahkojohtimien kytkennasta

HUOMIO
= Pida virransyotto- ja yhteiskytkentdkaapelit erillaan toisistaan.

Yhteiskytkentdkaapeli ja virtakaapeli saavat mennd ristiin, mutta ne eivat saa
kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin johtimen valisen etaisyyden
taytyy olla aina vahintaan 50 mm.

Yhteiskytkentdjohto yksikon ulkopuolella taytyy kietoa ja reitittdd yhdessé
kenttaputkiston kanssa.

Yhteiskytkentdjohdon tekniset tiedot ja rajat®

Kytkentdvaatimukset: katso "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset
tiedot" [» 111]

Yksikoiden valisen kaapeloinnin haarojen enimmaismaara 9

Kaapeloinnin enimmaispituus 300 m

(etdisyys ulkoyksikon ja kauimmaisen sisayksikon valilla)

Kaapeloinnin kokonaispituus 600 m

(etaisyyksien summa ulkoyksikon ja kaikkien sisayksikoiden
valilla)

@ Jos yhteiskytkent&johto ylittad nama rajat, seurauksena voi olla tiedonsiirtovirheita.

Uudelleenhaaroittamista ei sallita minkaan yhteiskytkentajohdon haaran jalkeen.
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]
XN

Xoa oo

: @ :, :’ -—-c2

[

A Ulkoyksikko
B Sisayksikko
C Keskuskayttoliittyma (jne.)
a Pailinja
b1, b2, b3 Haaralinjat
cl,c2 Haaran jdlkeen ei saa liittda uutta haaraa
Esimerkki:
220-240 V | 380-415V ; 220-240 V
1~ 50 Hz ! 3N~ 50 Hz ! 1~ 50 Hz
Y |
| | P1IP2—IJ§I
| L (18V)
a Paakytkin
b Maadoitus
¢ Virtakaapeli (sekd maadoitusjohdin) (EMC-suojattu kaapeli)
F1/F2 Yhteiskytkentdjohto (EMC-suojattu kaapeli)
P1/P2 Kaukosditimen johto
V  Ulkoyksikkd (RXYSA4~6_V)
Y Ulkoyksikks (RXYSA4~6_Y)
d Sisayksikko
e Kayttoliittyma

20.1.3 Lapivientiaukkojen teko-ohjeet

®

HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Al vahingoita koteloa.

* Kun ldpivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparisto maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

* Kun sahkojohtoja vieddan lapivientiaukkojen Iapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkaisemiseksi.

Asentajan ja kayttajan viiteopas

108

P DAIKIN

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S -jarjestelmailmastointilaite
4P848372-1A —2026.07



20 | Séhkodasennus

Q Q O
- q
x N

a Lapivientiaukko
b Purse
c Tiivisteaine jne.

20.1.4 Ohjeet sahkdjohtojen kytkemiseen

HUOMIO
On suositeltavaa kayttaa yksisdikeisia johtoja. Jos kdytetddan monisdikeisia johtoja,

kierra saikeitd hieman johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettdvaksi suoraan
litantdpinteessa tai asetettavaksi pyoredan kutistusliittimeen.

Monisdikeisen johtimen valmistelu asennusta varten
Tapa 1: Johtimen kiertdminen
1 Kuorieriste (20 mm) johtimista.

2 Kierra johtimen paata hieman yksisaikeisen kaltaisen liitdannan luomiseksi.

o
4

Tapa 2: Pyoredn kutistusliittimen kdyttaminen (suositellaan)
1 Kuori eriste johtimista ja kierra jokaisen johtimen p&data hieman.

2 Asenna pyored kutistusliitin johtimen pdahan. Aseta pyored kutistusliitin
johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

¥

> D

Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto ‘|"|°
) = AA’
tai A @ |_A‘t .
Monisdikeinen johto —@—

kierretty yksisdikeisen
kaltaiseksi liitannaksi

a Kierretty johto (yksisdikeinen tai kierretty
monisaikeinen johto)

b Ruuvi

c Littea aluslaatta
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Johdon tyyppi Asennustapa

Kerrattu johdin pyoredlla | ¢b a be
kutistusliittimella

a Liitin

b Ruuvi

c Litted aluslaatta
+ Sallittu

X El sallittu

Kiristysmomentit

Jos kaytdssa on RXYSA4~6 V.

Liitin Johdotus Ruuvikoko Kiristysmomentti
[Nem]
X1M Virtajohdot M5 2,2~2,7
SVEO-lahto M4 1,3~1,6
X2M Tiedonsiirtokaapeli M3.5 0,8~0,97

Jos kaytossa on RXYSA4~6_Y:

Liitin Johdotus Ruuvikoko Kiristysmomentti
[Nem]
XM Virtajohdot M5 2,0~3,0
SVEO-Iahto M4 1,2~1,8
X2M Tiedonsiirtokaapeli M3.5 0,8~0,97

20.1.5 Tietoja sahkovaatimustenmukaisuudesta

Tama laitteisto noudattaa standardia:

= EN/IEC 61000-3-12 edellyttden, ettd oikosulkuteho S, on pienempi tai yhta suuri
kuin S,.-minimiarvo syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisiin  pienjannitejarjestelmiin  liitettyjen laitteiden, joiden
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

- Laitteiston asentajan tai kayttdjan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla

tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — ettd laitteisto liitetaan VAIN
syottojarjestelmdan, jonka oikosulkuteho S, on suurempi tai yhta suuri kuin S,.-

minimiarvo.
Malli S..-vdhimmaisarvo
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSAS_V 154,07 kVA
RXYSAG6_V 173,05 kVA
Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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20 | Sahkoasennus
20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot
Komponentti RXYSA*_V RXYSA*_Y
Virransydttdkaapeli | MCA®! 27,0A 13,6 A
Jannite 220-240V 380-415V
Vaihe 1~ 3N~
Taajuus 50 Hz

Johdon koko Kansallisia kytkentdamadarayksia tulee

noudattaa.

3-johdinkaapeli 5-johdinkaapeli

Johdon koko virran mukaan mutta ei alle:

4,0 mm?

2,5 mm?

Jannite 220-240V

Johdon koko

Yhdyskaapeli
(sisayksikko <>
ulkoyksikkd)

Kayta vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa
on kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle
jannitteelle.

2-johdinkaapeli
0,75-1,5 mm?
32 A, C-kayra 16 A, C-kayra

Suositeltava erikseen hankittava
sulake

Maavuotokatkaisin/vikavirtasuoja | Asenna virtalinjaan aina valittémasti toimiva
vikavirtasuoja (RCD). Asennetun
vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset

kytkentamaaraykset.

@ MCA=Piirin vahimmaisampeerit. lImoitetut arvot ovat maksimiarvot (katso sdhkétiedot
yhdessa sisayksikoiden kanssa tarkkoja arvoja varten).

20.2 Ulkoyksikon sahkojohtojen liittaminen

A
A

VAROITUS

ALA jatka virransyottd- tai yhdyskaapelia kdyttamaélld johdinliittimid, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa:
litdntojen tekemista.

kytke maakaapeli ensin ennen Vvirroitettujen

= Virransyottdéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut

maadoitusliitannan irrottamista.

kaapelit ennen

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvat ennen maadoitusjohdinta siina
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

* Noudata johtokaaviota (toimitetaan yksikon mukana, sijaitsee huoltokannen
sisapuolella).

®

= Varmista, ettd sahkdjohdot EIVAT estd huoltokannen oikeaa kiinnittamista.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
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1 Irrota huoltokansi. Katso "17.2.2 Ulkoyksikén avaaminen" [» 72].

2 Kuori eriste (20 mm Johdosta

=

a Kuori johto téhan pisteeseen asti
b Liian pitkaltd matkalta kuoriminen voi aiheuttaa sahkoiskun tai vuodon

3 Liita yhteiskytkentdkaapeli seuraavalla tavalla:

\'Al
ﬁ[- ’f‘; X4M

X2m

Y1
ologlolo
TonD | | ToouTD

a Yhteiskytkentakaapeli (kytkentdvaatimukset: katso "20.1.6 Tavallisten
johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 111])
b Liitinkortti (ei sisally toimitukseen)

¢ Suojattu kaapeli

[ow]BLu [P B frer pre

HUOMIO
= Kayta suojattua johdinta yhteiskytkentdkaapelina.

= Vain Y1: liitd maa (a) liittimen X2M tukikehykseen.

4  Liitd virransyotto seuraavalla tavalla:

v1

1~ 50 Hz
220-240 V

ar

a Maavuotosuojakatkaisin
b Sulake

Y1

3N~ 50 Hz
380-415V

I'__I

[N XM

¢ Virransyottokaapeli (kytkentdvaatimukset: katso "20.1.6 Tavallisten
johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 111])

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN
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5 Kiinnitd kaapelit (virta- ja yhteiskytkentdkaapeli) nippusiteelld sulkuventtiilin
kiinnityslevyyn ja veda johdot alla olevan kuvan mukaisesti.

T o

a Yhdyskaapeli
b Virransyottokaapeli
¢ Nippuside (hankitaan erikseen, suurin suositeltava leveys 5 mm)

VAROITUS
Ald kuori kaapelin ulkovaippaa alemmas kuin kiinnityspiste sulkuventtiilin

kiinnityslevyssa.

] ().
,.0 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂj

~ T

MAX -

= =
T A

(o
|
Us

a Yhdyskaapeli
b Virransyottokaapeli

7 Irrota valitut lapivientiaukot napauttamalla kiinnityskohtia littedpdisella
ruuvitaltalla ja vasaralla.

8 Asenna kaapelisuoja lapivientiaukkoon:

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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= On suositeltavaa asentaa PG-tyyppinen kaapelildpivienti lapivientiaukkoon.
* Jos kaapelilapivientid ei kaytetd, suojaa kaapelit vinyyliputkilla, jotta
lapivientiaukon reuna ei leikkaa johtoja:

Ulkoyksikdn sisapuoli
Ulkoyksikon ulkopuoli
Kaapeli

Holkk

Mutter

Runko

Putki

D T O >

9 Reitita kaapelit ulos yksikosta.

VAROITUS

Valta teradvid reunoja, kun reititdt kaapeleita taakse. Muista reitittda kaapelit

70
/O © 77

10 Kiinnita huoltokansi takaisin. Katso "17.2.3 Ulkoyksikon sulkeminen" [» 73].

11 Liitd maavuotosuojakatkaisin ja sulake virtalinjaan kuten kohdassa
"20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 111].

20.3 Ulkoisten lahtojen kytkeminen

SVS-1ahto

SVS-1ahtd on kosketin liittimessa X2M, joka sulkeutuu, jos havaitaan vuoto, vika tai
R32-anturin (sisdyksikossa) yhteyden katkeaminen.

[ Jowu] I ) N T [ ]
ém&m i’
Gl ranes
\ SFB
@ X2m O]
| )
a Il
a SVS-lahtsliittimet (1 ja 2)
b Kaapeli SVS-lahtolaitteeseen

SVS-liitdnnan vaatimukset
Jannite <40 VDC
Maksimi-virta 0,025 A

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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SVS-liitdnnan vaatimukset

Johdon koko Kaytd vain yhndenmukaistettua johtoa, jossa on
kaksoiseristys ja joka sopii jannitteelle 220~240 V

2-johdinkaapeli

Kaapelin poikkipinta-ala vahintaan 0,75 mm?

Napaisuus Liitin 1 +

Liitin 2 -

Ulkoyksikdn piirilevyn sisdisen piirin suojaukseen on kaytettdva vylijannitesuoja
(esim. erillinen ylijannitesuojadiodi tai rele, jossa on sisdanrakennettu
ylijannitesuojadiodi).

Esimerkki:

X2M b; "asvoe 240V AC

a {Fﬂ - 10

SVS-lahtéliitin
DC-verkkolaite
Rele
Ylijannitesuojadiodi
AC-verkkolaite
Ulkoinen halytys

-0 Q. n T QO

SVEO-l3hto

SVEO-Iahto on liittimen X1M kosketin, joka sulkeutuu, jos esiintyy yleisia virheita.
Katso tietoja taman lahdon laukaisevista virheista kohdista "10.1 Virhekoodit:
Yleiskuvaus" [» 42] ja "26.3.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus" [» 146].

SVEO-liitdnnan vaatimukset

Jannite 220~240V AC
Maksimi-virta 0,5A
Johdon koko Kadyta vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on

kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle jannitteelle

2-johdinkaapeli

Kaapelin poikkipinta-ala vahintdan 0,75 mm?

SVEO-liitantaa varten kannattaa kayttaa suojattua kaapelia. Kaapelin suoja taytyy
maadoittaa merkittyyn maadoituspisteeseen, joka on liittimen tukikehyksessa.

r'}\‘ )j @ r}\‘ @
T T b4l
@@ It 1| | ofofololo
© e 11® 2| 1®
il T o
— 0 e e A i a

[o |
o
o
o
o

o=

A

0O T

a Maadoituspiste
b Kaapelin suoja
¢ Kaapeli SVEO-lahtolaitteeseen

RXYSA4~6B7V/Y1B
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TIETOJA

Kylmaaineen vuotohdlytyksen &anitiedot ovat saatavilla kayttoliittyman teknisissa
tiedoissa. Esim. BRC1H52*-sdadin tuottaa halytyksen, jonka danenpaine on 65 dB
(mitattuna 1 m:n paassa halytyksesta).

i @

20.4 Valinnaisen jaahdytyksen/lammityksen valintakytkimen liittdminen

Jotta jaahdytys- tai ldmmitystoimintoa voidaan ohjata keskeisestd paikasta,

seuraava valinnainen jaghdytyksen/lammityksen vaihtokytkin (KRC19-26A) voidaan
liittaa:

1 Irrota kiinnitysruuvi liittimien asennuslevysta.

2 Kaanna toiseen puoleen.

1[@ (A
X3M 2[@ > % KRC19-26A
3[@ »[C

X3M  Yksikon liitin
KRC19-26A Jaihdytyksen/lammityksen valintakytkin

4 Kaanna liittimien asennuslevyd ja asenna ruuvi takaisin.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 'DA’K’N RXYSA4~6B7V/Y1B
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a Jaahdytyksen/lammityksen valintakytkimen kaapeli
b Nippuside

6 Kaanna DIP-kytkin (DS1-1) péaalle. Katso lisatietoja DIP-kytkimestd kohdasta
"22.1.3 Kenttdasetuskomponentit" [» 121].

=LITE

DS1 DIP-kytkin 1

20.5 Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

HUOMIO
Jos asennuksen jalkeen kompressoriin kertyy kylmaainetta, eristysvastus napojen voi
alentua, mutta jos se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.

= Kayta 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen mittaukseen.

= Al3 kdyta pienjannitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

Jos Niin
>1 MQ Eristysvastus on OK. Tdmd toimenpide on valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.
Tulos: Kompressori lampiaa ja haihduttaa siind olevan kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

RXYSA4~6B7V/Y1B 'DA IKIN Asentajan ja kéyttajan viiteopas
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21 Ulkoyksikdn asennuksen viimeistely

21.1 Kylmaaineputkiston eristaminen

Tayttomenettelyn paattamisen jdlkeen putkisto tdytyy eristdd. Ota huomioon
seuraavat seikat:

= Varmista, ettd liitantdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on kokonaan
eristetty.

= Muista eristaa (kaikkien yksikodiden) neste- ja kaasuputket.

= Kayta 70°C lampotilaa sietdvaa polyeteenieristettd nesteputkistossa ja 120°C
lampotilaa sietdvad polyeteenieristetta kaasuputkistossa.

= Vahvista kylméaaineputkiston eristysta asennusymparistén mukaan.

Ympariston lampétila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Ulko- ja sisayksikén valilla

HUOMIO
On suositeltavaa, etta sisayksikon ja ulkoyksikén valinen kylmaaineputkisto

asennetaan kanavaan tai etta kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

1 Erista ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

a Kaasuputki

b Kaasuputken eristys

¢ Yhteiskytkentdkaapeli
d Kenttdjohdotus (jos on)
e Nesteputki

f Nesteputken eristys

g Eristysnauha

2 Asenna huoltokansi.

Ulkoyksikon sisalla

Erista kylmaaineputkisto toimimalla seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Eristd neste- ja kaasuputket.

2 Kiedo lammoneristysmateriaalia mutkien ymparille ja peitd se sitten
vinyyliteipilla (c, katso edell).

Varmista, ettd kenttdputkisto ei kosketa mitdan kompressorin osaa.
Tiivista eristeen paat (tiivistysaine tms.) (b, katso edella).

Suojaa kenttdputkisto terdviltda reunoilta kietomalla sen ymparille
vinyyliteippia (d, katso edella)

6 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylemmas kuin sisayksikko, peitd sulkuventtiilit
tiivistemateriaalilla, jotta sulkuventtiileihin tiivistyvad vesi ei padse siirtymaan
sisayksikkoon.

HUOMIO
Paljas putki voi aiheuttaa kondensaatiota.

7 Asenna huoltokansi ja putkiston syottolevy paikoilleen.

8 Tiivista kaikki raot, jotta lumi ja pienet eldimet eivat paase jarjestelmaan.

a Tiiviste

HUOMIO
Al3 tuki ilmanpoistoaukkoja. Se voi vaikuttaa ilman kiertokulkuun yksikén sisalla.

VAROITUS
Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kdyttdd yksikkoa suojapaikkanaan.

Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai
tulipalon.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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22 Maaritys

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

HUOMIO
Varmista, etta kenttdasetus [2-49] "Uusi asennus tai vaihtoasennus" on asetettu
oikein.

° TIETOJA

l On tarkeaa, etta asentaja lukee jarjestyksessa kaikki taman luvun tiedot ja ettd

jarjestelma konfiguroidaan soveltuvin osin.

Tassa luvussa

22,1 KenttdasetUSTEN TEKEMINEN ...ttt

22.1.1  Tietoja kenttaasetusten tekemisesta
22.1.2  Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen

22.1.3 Kenttaasetuskomponentit
22.1.4  Tilan 1tai 2 kdyttdminen
22.1.5 Tilan 1 kdyttaminen...
22.1.6  Tilan 2 kdyttaminen........
22.1.7  Tila 1: seuranta-asetukset
22.1.8  Tila 2: kenttdasetukset
22.2  Energiansadsto ja toiminnan optimointi
22.2.1  Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt
22.2.2  Kaytettdvissa olevat mukavuusasetukset
22.2.3  Esimerkki: Automaattitila jadhdytyksen aikana
22.2.4  Esimerkki: Automaattitila lammityksen aikana

22.1 Kenttaasetusten tekeminen

22.1.1 Tietoja kenttaasetusten tekemisesta

Lampdpumppujdrjestelman  konfigurointi  edellyttda  tietojen  syottamista

ulkoyksikon paapiirilevyyn (A1P). Se sisdltda seuraavat kenttdasetuskomponentit:

= Painikkeet syotteiden antamiseksi piirilevylle

= Naytto piirilevyn palautteen lukemista varten

= DIP-kytkimet (muuta tehdasasetuksia vain, jos asennetaan jaahdytys/
[ammitysvalintakytkin).

Katso myds:

= "22.1.3 Kenttdasetuskomponentit" [» 121]

= "22.1.2 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 121]

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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PC-konfigurointilaite

¢ (X27A)

a PC

b Kaapeli (EKPCCAB¥)
¢ Jatkokaapeli liitetty liittimeen X27A
X27A Liitin
A1P Ulkoyksikon paapiirilevy

Tilat1ja2

Tila

Kuvaus

Tila 1

(seuranta-asetukset)

Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon vallitsevaa tilaa.
Myos erdiden kenttdasetusten sisaltda voidaan seurata.

Tila 2

(kenttdasetukset)

Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman kenttaasetuksia.
Voit tarkistaa kenttdasetuksen nykyisen arvon ja
muuttaa sita.

Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen normaalia kayttoa
voidaan yleensa jatkaa ilman erikoistoimenpiteita.

Erditd kenttdasetuksia kdytetdan erikoistoimenpiteisiin
(esim. kaytto yhden kerran, talteenotto/alipaineasetus,
kylmadaineen manuaalinen lisdys yms.). Talloin
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin normaali
toiminta voi kaynnistya uudelleen. Tama ilmoitetaan alla
olevissa selityksissa.

Katso myds:

= "22.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [» 123]
= "22.1.5Tilan 1 kdyttaminen" [» 124]

= "22.1.6 Tilan 2 kayttaminen" [» 124]

= "22.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 125]
= "22.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 127]

22.1.2 Kenttaasetuskomponenttien kayttaminen

Katso "17.2.2 Ulkoyksikdn avaaminen" [» 72].

22.1.3 Kenttdasetuskomponentit

7-segmenttisten nayttdjen, painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
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22-2 3-vaihe (V)

BS1 MODE: Asetustilan vaihtoa varten
BS2 SET: Asennuspaikalla tehtdvaa asetusta varten
BS3 RETURN: Asennuspaikalla tehtdvaa asetusta varten
DS1, DS2 DIP-kytkimet
a 7-segmenttiset ndytot
b Painikkeet
¢ DIP-kytkimet

DIP-kytkimet

Muuta tehdasasetuksia vain, jos asennetaan jaahdytys/lammitysvalintakytkin.

DS1-1 Jaahdytys/lammitysvalitsin (katso jaahdytys/
lammityskytkimen ohjekirja).

ON = COOL/HEAT-valitsin aktiivinen; OFF = ei asennettu =
tehdasasetus

DS1-2 EI KAYTOSSA. ALA MUUTA TEHDASASETUSTA.

Painikkeet

Tee kenttdasetukset kayttamalla painikkeita. Kayta painikkeita eristetyn puikon
(esimerkiksi suljetun kuulakarkikynan) avulla, jotta valtyt koskemasta jannitteisiin
osiin.

(o]

7-segmenttiset naytot

Ndyttd antaa palautetta madritetyistd kenttdasetuksista muodossa [Tila-
Asetus]=Arvo.

Esimerkki

EiEE Kuvaus

i
L]

Oletustilanne

1 Tila 1
s s
B
d Tila 2
gl s
=
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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It Kuvaus

L Asetus 8
Bﬂﬁ (tilassa 2)

L Arvo 4
lmﬁ (tilassa 2)

22.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kdyttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkdon ja kaikkiin sisdyksikdihin. Kun tiedonsiirto sisd- ja
ulkoyksikodiden valilla on muodostunut normaalisti, 7-segmenttisen nayton
ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta toimitettaessa).

Tila

Kun virta kytketaan: vilkkuu kuten kuvassa. Tehonsyoton
ensimmaiset tarkistukset suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa (1~2 min).

Kayttovalmis: tyhja ndytto kuten kuvassa.

<= Pois paalta

« Vilkkuu

e P3dlla
Toimintahdirion sattuessa toimintahdirion koodi tulee nakyviin sisayksikon
kayttoliittymassa  ja  ulkoyksikon  7-segmenttisestd  naytossa.  Ratkaise
toimintahdirion koodi vastaavasti. Tiedonsiirtokaapelointi tdytyy tarkistaa
ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kaytetdan vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla.

Kaytto Toimenpide

Oletustilanne

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran.

Tila 2 = Pidad BS1 painettuna vahintaan viisi sekuntia.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran (lyhyesti).
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TIETOJA

Jos hammennyt kesken prosessin, palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1

i @

(ei osoitusta 7-segmenttisissa naytdissa: tyhja, katso "22.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 123]).

22.1.5 Tilan 1 kdyttaminen

Tilaa 1 kdytetaan perusasetusten tekemiseen ja yksikon tilan valvontaan.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja 1 Valitse tila 1 painamalla kerran BS1.
kdyttaminen tilassa 1 2 Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla
BS3-painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.
alkutilaan

Esimerkki:

Parametrin [1-10] sisallon tarkistaminen (montako sisdyksikkoa jarjestelmaan on
liitetty).

[A-B]=C maaritetadn tassa tapauksessa seuraavasti: A = 1; B = 10; C = arvo, joka
halutaan tietda/jota halutaan tarkkailla:

1

Varmista, ettd 7-segmenttisen nayton ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikdytto).

Paina BS1-painiketta kerran.

Paina BS2-painiketta 10 kertaa.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan:

Paina BS3-painiketta kerran; palautettava arvo (todellisen kenttatilanteen
mukaan) on jarjestelmaan liitettyjen sisdyksikdiden maara.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan, palautettava arvo on seurattava tieto

Kun haluat poistua tilasta 1, paina painiketta BS1 kerran.

22.1.6 Tilan 2 kdyttaminen

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikdn ja jarjestelman kenttdasetuksia.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja = Valitse tila 2 pitamalla BS1-painiketta
kdyttdminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.
alkutilaan

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Mika Miten
Valitun asetuksen arvon = Valitse tila 2 pitamallda BS1-painiketta
muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Valitse valitulle asetukselle haluamasi arvo
painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta
kerran.

= Aloita toiminta valitulla arvolla painamalla
uudelleen BS3.

Esimerkki:

Parametrin [2-18] sisdllon tarkistaminen (ulkoyksikon tuulettimen korkean
staattisen paineen asetuksen ottamiseksi kayttdon tai pois kdytosta).

[Tila-asetus] = Arvo mdaritetddn tdssa tapauksessa seuraavasti: Tila = 2; Asetus = 7;
Arvo = arvo, joka halutaan tietdd/jota halutaan muuttaa.

1 Varmista, ettd 7-segmenttisen nayton ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikaytto).

2 Pidad BS1-painiketta painettuna yli viisi sekuntia.

3 Paina BS2-painiketta 18 kertaa.

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan: ’:

4 Paina BS3-painiketta kerran. Naytdssa nakyy asetuksen tila (todellisen
kenttatilanteen mukaan). Kun kyseessd on [2-18], oletusarvo on "0", mika
tarkoittaa, etta tuuletettu kotelo -toiminto poistetaan kaytosta.

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan, palautettava arvo on nykyinen asetustilanne.

5 Voit muuttaa asetuksen arvoa painamalla BS2, kunnes haluttu arvo nakyy 7-
segmenttisen nayton ilmaisimessa.

Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta kerran.
Aloita valitun asetuksen mukainen toiminta painamalla BS3.

Poistu tilasta 2 painamalla kerran BS1.

22.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset

[1-1]
Nayttaa alhaisen kayttomelutoiminnon tilan.

Alhainen kayttomelutoiminto vadhentdd vyksikon tuottamaa &anta verrattuna
nimellisiin kayttdolosuhteisiin.

[1-1] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi alhaisen kdyttomelun rajoitusten
mukaisesti.
1 Yksikko toimii alhaisen kayttomelun rajoitusten
mukaisesti.
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Alhainen kayttomelutoiminto voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojdrjestelman
alhainen kayttdmelutoiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmadinen tapa on ottaa automaattinen alhainen kayttdmelutoiminto 6isin
kayttoon kenttdasetuksella. Yksikkd toimii valitulla alhaisella kayttdmelutasolla
valittuina aikoina.

= Toinen tapa on ottaa alhainen kayttdmelutoiminto kayttédn ulkoisen tulon
perusteella. Tahan toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-2]
Ndyttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.

Virrankulutuksen rajoitus pienentda yksikon virrankulutusta verrattuna nimellisiin
kayttoolosuhteisiin.

[1-2] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.
1 Yksikko toimii virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman
virrankulutuksen rajoitus voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmadinen tapa on ottaa kayttdon pakotettu virrankulutuksen rajoitus
kenttaasetuksella. Yksikkod toimii aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.

= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttdon ulkoisen tulon
perusteella. Tahdn toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-5] [1-6]
Koodi Nayttaa...
[1-5] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento
[1-6] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento

Lisdtietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"22.2 Energiansdastd ja toiminnan optimointi" [» 131].

[1-10]

Nayttaa liitettyjen sisayksikdiden kokonaismaaran.

Voi olla hyddyllista tarkistaa, vastaako asennettujen sisayksikéiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien sisayksikdiden kokonaismaaraa. Jos 16ytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja sisayksikoiden valilla
(F1/F2-tiedonsiirtolinja).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koodi Nayttaa...

[1-17] Viimeisin vikakoodi
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi

Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa sisayksikon kayttoliittymdssa, ne
voidaan tarkistaa uudelleen tdman seuranta-asetuksen avulla.

Katso tietoja vikakoodin sisdllosta tai syystda kohdasta "26.3 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 145], jossa selitetdan tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja vikakoodeista on tdman yksikon huolto-oppaassa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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[1-40] [1-41]

Koodi Nayttaa...
[1-40] Nykyinen jadhdytyksen mukavuusasetus
[1-41] Nykyinen [ammityksen mukavuusasetus

Lisatietoja tdstd asetuksesta on kohdassa "22.2 Energiansdastd ja toiminnan

optimointi" [» 131].

22.1.8 Tila 2: kenttaasetukset

[2-8]
T.-tavoitelampotila jadhdytyksen aikana.
[2-8] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"22.2 Energiansdasto ja toiminnan optimointi" [» 131].
[2-9]
T-tavoitelampétila lammityksen aikana.
[2-9] T -tavoite (°C)
0 (oletus) Automaattinen
1 41
3 43
6 46
Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"22.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi" [» 131].

[2-12]

Ota kayttoon alhainen kayttomelutoiminto ja/tai virrankulutuksen

ulkoisella ohjaussovittimella (DTA104A61/62).

rajoitus

Jos jarjestelman taytyy kayda alhaisessa kayttomelutilassa tai virrankulutuksen
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkoon lahetetddn ulkoinen signaali, tdméa asetus
tdytyy muuttaa. Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin

(DTA104A61/62) on asennettu.

[2-12] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.
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[2-18]
Tuulettimen korkean staattisen paineen asetus.

Jos ulkoyksikdn tuulettimen staattinen paine nousee, ilmavirta vahenee ja
tuulettimen moottorin sydttdoteho kasvaa. Yksikkd voi arvioida ESP:n mittausten
kautta.

Taman asetuksen kautta asentaja voi asettaa ESP:n kiintedlle tasolle tai muuttaa
ESP:n arviointihetkea.

Huomautus: Yli 45 Pa ESP-tasoa varten taso O sadilytetdan tuulettimen moottorin
luotettavuutta varten.

[2-18] Kuvaus

0 (oletus) Automaattinen asetus kayttoonottotilassa ja
valmiustilassa

1 Automaattinen asetus vain kayttodnottotilassa
2 Taso O (ESP 0-20 Pa)
3 Taso 1 (ESP 20-35 Pa)
4 Taso 2 (ESP 35-45 Pa)
[2-20]
Kylmdaineen manuaalinen lisddminen.
[2-20] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysayta kylmaaineen manuaalinen lisdys (kun tarvittava
maara kylmaainetta on lisatty) painamalla BS3. Jos
toimintoa ei keskeytetd, kun painetaan BS3, yksikko
lopettaa toiminnan 30 minuutin jalkeen. Jos

30 minuuttia ei riittédnyt tarvittavan kylmaainemaaran
lissdmiseen, toiminto voidaan aktivoida uudelleen
muuttamalla kenttdasetus uudelleen.

[2-21]
Kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila.

Jotta saataisiin vapaa kdytavd kylmaaineen ottamiseksi talteen jarjestelmasta,
jddnnosaineiden poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on kaytettava
asetusta, joka avaa kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta kylmaaineen
talteenotto tai alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti.

[2-21] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysayta kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila
painamalla BS3. Jos painiketta BS3 ei paineta, jarjestelma
pysyy kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustilassa.

[2-22]
Automaattinen alhaisen kdyttomelun asetus ja taso ydaikaan.

Tata asetusta muuttamalla aktivoidaan yksikon automaattinen alhaisen
kayttdmelun toiminto ja madritetddan toimintataso. Valitun tason mukaan
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melutasoa lasketaan. Taman toiminnon aloitus- ja lopetusajat maaritetdan
asetuksissa [2-26] ja [2-27] (katso alla olevat kuvaukset).

[2-22] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu
1 Taso 1 Taso 5<Taso 4<Taso 3<Taso 2<Taso
2 Taso 2 !
3 Taso 3
4 Taso 4
5 Taso 5

[2-25]

Alhaisen kayttémelun taso ulkoisen ohjausadapterin kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia alhaisen kayttomelun olosuhteissa, kun yksikkdon
lahetetdan ulkoinen signaali, tdma asetus madrittaa kaytettdvan alhaisen
kdyttomelun tason.

Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin (DTA104A61/62)
on asennettu ja asetus [2-12] on aktivoitu.

[2-25] Kuvaus
1 Taso 1 Taso 5<Taso 4<Taso 3<Taso 2<Taso
2 (oletus) Taso 2 1
3 Taso 3
4 Taso 4
5 Taso 5

[2-26]

Alhaisen kayttdmelutoiminnon aloitusaika.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-22] kanssa.

[2-26] Alhaisen kdyttomelutoiminnon aloitusaika (noin)
1 20h00
2 (oletus) 22h00
3 24h00

[2-27]

Alhaisen kdyttomelutoiminnon lopetusaika.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-22] kanssa.

[2-27] Alhaisen kdyttomelutoiminnon lopetusaika (noin)
1 6h00
2 7h00
3 (oletus) 8h00

[2-30]

Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)

kautta.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikk6on
lahetetdaan ulkoinen signaali, tama asetus maarittda vaiheessa 1 kaytettdvan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-30] Virrankulutuksen rajoitus (likimaarainen)
1 60%
2 65%
3 (oletus) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)

kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikkéon
ldhetetddn ulkoinen signaali, tdma asetus madrittda vaiheessa 2 kaytettdvan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-31] Virrankulutuksen rajoitus (likimaardinen)
1 (oletus) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (ulkoista ohjaussovitinta ei
tarvita virrankulutuksen rajoituksen suorittamiseen).

Jos jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen rajoitustilassa, tdméa asetus
aktivoi ja maarittaa jatkuvasti kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on

taulukon mukainen.

[2-32] Rajoitusviite
0 (oletus) Toiminto ei aktiivinen.
1 Noudattaa asetusta [2-30].
2 Noudattaa asetusta [2-31].
[2-49]
Uusi asennus vai vaihtoasennus. Tama kenttdasetus on tarkea oikeaa 6ljyn hallintaa
varten.
[2-49] Kuvaus
0 Uusi asennus (uusi R32-putkisto)
1 (oletus) Vaihto (R410A-putkiston kayttaminen uudelleen)
[2-60]

Valvojan kaukosaatimen asetus. Laite taytyy kdynnistda uudelleen tdman asetuksen

tallentamista varten.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Katso lisatietoja valvojan kaukosaatimestd kohdasta "16.2 Jarjestelman
sijoitteluvaatimukset" [» 56] tai kaukosdatimen asennus- ja kdyttdjan viiteoppaasta.
[2-60] Kuvaus
0 (oletus) Jarjestelmaan ei ole liitetty valvojan kaukosdadinta
1 Valvojan kaukosaadin liitetty jarjestelmaan

[2-81]

Jaahdytyksen mukavuusasetus.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-8] kanssa.

[2-81] Jaahdytyksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisdtietoja ja ohjeita ndiden asetusten vaikutuksesta on  kohdassa
"22.2 Energiansddsto ja toiminnan optimointi" [» 131].
[2-82]
Lammityksen mukavuusasetus.
Tatd asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-9] kanssa.
[2-82] Lammityksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"22.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi" [» 131].

22.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Tassda lampopumppujarjestelméssd  on  edistynyt  energiansdastotoiminto.
Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansddstda tai mukavuustasoa.
Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan optimaalinen tasapaino
energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetdan alla. Muuta parametreja rakennuksen
tarpeiden mukaan ja toteuttaaksesi parhaan tasapainon energiankulutuksen ja
mukavuuden valilla.

Valitusta ohjauksesta huolimatta jarjestelman kayttaytymisessa voi esiintya
variaatioita, jotta suojausohjaukset voisivat pitda yksikon kdynnissa luotettavissa
olosuhteissa. Tarkoitettu tavoite on kuitenkin kiinted ja sitd kaytetdan
energiankulutuksen ja mukavuuden parhaan tasapainon saavuttamiseksi
sovellustyypin mukaan.
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22.2.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmdaineen lampotila on sama tilanteesta riippumatta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=2
Lammitys [2-9]=2

Automaattinen

Kylmaaineen lampotila asetetaan ulkolampdtilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatamista vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampotilaan).

Jos esimerkiksi jdrjestelmd on jaahdytystilassa, jaahdytysta ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila
on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmdaineen lampoétilaa
automaattisesti, mika alentaa tuotettua tehoa ja lisda jarjestelman tehokkuutta.

Jos esimerkiksi jarjestelma on lammitystilassa, lammitysta ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkoldampotila on korkea (esim. 15°C), kuin silloin, kun ulkolampétila on
alhainen (esim. —5°C). Talloin jarjestelma alkaa laskea kylmé&aineen lampoétilaa
automaattisesti, mika alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=3 (oletus)
Lammitys [2-9]=1 (oletus)

Hyvin herkki/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampotila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskdytossa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikdiden valintamenetelma on tdrked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettdvissa oleva teho ei ole sama kuin peruskaytdssa.

Kysy jalleenmyyjalta lisatietoja hyvin herkistad sovelluksista.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-8] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman
vaatimuksia.

Ldmmitystoiminta [2-9] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkéan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman

vaatimuksia.
[2-8] T.-tavoite (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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[2-9] T -tavoite (°C)

4 43

22.2.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kadytetdan tietyn
huonelampodtilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampdétilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

Tehokas

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jadhdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmdaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikdiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdyttomenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-41]=3.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitys [2-42]=3.

Tata asetusta kdytetaan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa

Nopea

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmaaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampoétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikoiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdyttdmenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-41]=2.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitys [2-42]=2.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Mieto

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmaaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampdétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitystd ei sallita kdynnistyshetkesta alkaen. Kdynnistys tapahtuu
ylla olevan toimintatilan maarittdmassa tilassa.

Kun sisdyksikoiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdyttdmenetelma maarittaa.

Huomautus: Kaynnistystila on eri kuin tehokas ja nopea mukavuus -asetus.
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Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-41]=1.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitys [2-42]=1.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Eco

Alkuperdinen kylmaaineen ldmpotilatavoite, jonka toimintatila maaraa (katso ylla),
sailytetdan ilman korjausta, paitsi suojausohjausta varten.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytys [2-41]=0.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitys [2-42]=0.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

22.2.3 Esimerkki: Automaattitila jdahdytyksen aikana

6°C

3°C

Todellinen kuormituskayra

Virtuaalinen kuormituskayra (alkukapasiteetin automaattitila)
Virtuaalinen tavoitearvo (alkuhaihdutuslampétila-arvon automaattitila)
Tarvittava haihdutuslampoétila-arvo

Kuormituskerroin

Ulkolampotila

Haihdutuslampatila

Nopea

Tehokas

Mieto

Ilm"-umcnwzb
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Huonelampdétilan kehittyminen:
A

o3
Oy

Sisayksikon asetuslampatila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

vTmONnw>

22.2.4 Esimerkki: Automaattitila lammityksen aikana

R 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

N
o

F

Virtuaalinen kuormituskayra (oletusautomaattitilan huippukapasiteetti)
Kuormituskayra

Virtuaalinen tavoitearvo (alkutiivistyslampotila-arvon automaattitila)
Suunnitteluldampotila

Kuormituskerroin

Ulkoldmpétila

Tiivistymislampotila

Nopea

Tehokas

Mieto

II:"UrnUhm)
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Huonelampétilan kehittyminen:
A

w R
oy

Sisayksikon asetuslampotila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

omOUONn®>
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23 Kayttoonotto

HUOMIO
Yleinen kdyttoonoton tarkistuslista. Taméan luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttéonoton tarkistuslista taydentda taman luvun ohjeita, ja sita
voittaan kayttdad ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttajalle
luovutuksen aikana.

Tassa luvussa

23.1  Kayttoonottoa koskevia varotoimenpiteita

23.2  Tarkistuslista ennen kayttoonottoa
23.3  Tarkistuslista kayttoonoton aikana
23.4  Tietoja jarjestelman koekaytosta .........

23.5  Koekdyton suorittaminen (7-segmenttinen naytto)
23.6  Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen

23.1 Kayttoonottoa koskevia varotoimenpiteita

c VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

Koekdyttoa suoritettaessa ulkoyksikdn lisaksi myods liitetty sisdyksikkd toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekdyton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

> B P

° TIETOJA

l Yksikon ensimmadisen kayttojakson aikana kone voi kayttda sahkovirtaa enemman
kuin yksikon nimikilpi osoittaa. Taman ilmion aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttoajan ennen kuin se saavuttaa sulavan toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kdyttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Koekdyton aikana ulko- ja sisayksikot kdynnistyvat. Varmista, ettd kaikkien
sisayksikoiden valmistelut on tehty (kenttdputkisto, sdahkokytkennat, ilmanpoisto
jne.). Katso lisatietoja sisdyksikdiden asennusoppaasta.
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23.2 Tarkistuslista ennen kayttéonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

L]

Olet lukenut tdydelliset asennus- ja kayttoohjeet ovat asentajan ja kayttdjan
viiteoppaassa.

L]

Asennus

Tarkasta, ettd yksikkd on kunnolla asennettu valttydksesi asiaankuulumattomilta danilta ja
tarinalta, kun yksikko kaynnistetaan.

Kenttdjohdotus

Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun "20 Sadhkoasennus" [» 106] ohjeiden,
kytkentakaavioiden sekd eurooppalaisten ja soveltuvien kansallisten kytkentamaaraysten
mukaan.

Virtaldhteen jannite

Tarkista virtalahteen jannite laitteen sdatopaneelista. Jannitteen taytyy vastata yksikon
nimikilvessa olevaa jannitetta.

Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja ettd maadoitusliittimet on
kiristetty.

Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitdisi olla 2 MQ tai enemman,
johtamalla vahintdan 500 V tasavirtajinnite virtaliittimien ja maan vélille. ALA KOSKAAN
kaytd testauslaitetta yhteiskytkentdjohtoon.

Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, etta sulakkeet, virtakytkimet ja paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennusohjeen luvun "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 111]
mukaisia. Varmista, ettei mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

Sisdinen johdotus

Tarkista silmamaardisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikon sisalld [6ysid liitantoja tai
vaurioituneita sahkoliitantoja.

Putkien koko ja eristiminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia putkia ja ettd lammoneristystyd on
suoritettu oikein.

Sulkuventtiilit

Varmista, ettad neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat auki.

Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylmaainevuoto

Tarkista yksikkd sisapuolelta kylmdainevuotojen varalta. Jos kylmaainetta vuotaa, yrita
korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota yhteys jilleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista ~ vuotaneeseen  kylmaaineeseen.  Seurauksena voi olla
paleltumavamma.

Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos 6ljya vuotaa, yritd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan.

llman tulo-/ldhtdaukko

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole esteitd (paperia, pahvia tai muuta
materiaalia).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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(] Kylmaaineen lisdédaminen

Yksikkoon lisdttavan kylmaaineen maara kirjoitetaan "Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka
kiinnitetdan etukannen taakse.

(] R32-laitteistoa koskevat vaatimukset

Varmista, ettd jdrjestelma tdyttdd kaikki seuraavassa luvussa kuvatut vaatimukset:
"3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten" [» 17].

(] Kenttdasetukset

Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty. Katso "22.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 120].

Varmista oikeaa Oljyn hallintaa varten, ettd kenttdasetus [2-49] "Uusi asennus vai
vaihtoasennus" on asetettu oikein.

(] Asennuspaiva ja asennuspaikalla tehtdvat asetukset

Muista merkitd asennuspdivamaara etupaneelin  takapuolella olevaan tarraan
EN60335-2-40:n mukaisesti ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisdlto.

23.3 Tarkistuslista kayttdonoton aikana

(] Koekdytdn suorittaminen.

23.4 Tietoja jarjestelman koekaytosta

HUOMIO
Muista suorittaa koekdyttd ensiasennuksen jalkeen. Muuten vikakoodi £/3 nakyy

kayttoliittymassa eikd normaali kaytto tai yksittdisen sisayksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide tarkistaa ja arvioi
seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisid johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus sisayksikdiden
kanssa).

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

= Sisdyksikoiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikosta erikseen.
Tarkista sisayksikot yksitellen koekdyton jalkeen suorittamalla normaali kayttod
kayttoliittymalla. Katso yksittdista koekdyttod koskevia lisdtietoja sisdyksikon

asennusoppaasta.
° TIETOJA
l = Kylmdaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen ennen kompressorin

kaynnistymista voi kestda 10 minuuttia.

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva aani tai solenoidiventtiilin
magneettinen aani voi olla voimakas, ja ndyton ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahdirioita.

23.5 Koekayton suorittaminen (7-segmenttinen naytto)

1 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"22.1 Kenttdasetusten tekeminen" [» 120].
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2 Kytke virta ulkoyksikkoon ja liitettyihin sisayksikdihin.

HUOMIO
Kytke virta padlle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

3 Varmista, ettd oletustila (lepo) on voimassa, katso "22.1.4 Tilan 1 tai 2
kdyttdminen" [» 123]. Paina painiketta BS2 vahintadn 5 sekuntia. Yksikko
kdynnistaad koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon ndytdssa nakyy
"0 1", ja sisdyksikoiden kayttoliittymdssa nakyy "Test operation" ja "Under
centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

Vaihe Kuvaus
O Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
o2 Jaahdytyksen kdynnistyksen ohjaus
£03 Jaahdytyksen vakaa tila
o4 Tiedonsiirron tarkistus
E0S Sulkuventtiilin tarkistus
EOG Putken pituuden tarkistus
09 Pumpun alasajo
Lo Yksikkd pysahtyy
° TIETOJA
l Koekayton aikana yksikkoa ei voi pysayttaa kayttoliittymasta. Keskeytd toiminta
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

4 Tarkista koekayton tulokset ulkoyksikdon 7-segmenttisesta naytosta.

Valmistuminen Kuvaus

Normaali Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa naytossa (lepotila).
valmistuminen

Epdnormaali Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa naytdssa.

valmistuminen Katso kohdasta "23.6 Korjaustoimet epanormaalin

koekayton jalkeen" [» 140] tarvittavat toimenpiteet
epanormaalin tilanteen korjaamiseksi. Kun koekayttd on
suoritettu loppuun, normaali kdyttdé on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

23.6 Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen

Koekayttd on valmistunut vain silloin, jos kayttoliittymdssa tai ulkoyksikon 7-
segmenttisessa ndytdssd ei ndytetd mitaan vikakoodia. Jos vikakoodi naytetaan,
suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekdytto
uudelleen ja varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

° TIETOJA
l Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen asennusoppaasta.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
1 0 VRV 5-S -jarjestelmailmastointilaite
4 4P848372-1A - 2026.07



24 | Luovutus kayttajalle

24 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttaja

ymmartaa seuraavat asiat selkedasti:

= Varmista, ettd kayttdjalla on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta sailyttamaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, etta tdydellinen dokumentaatio 16ytyy
aiemmin tassa oppaassa ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttdjalle, kuinka jarjestelmaa kdytetadn oikein ja mitd ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle mita toimia hanen on tehtava yksikon kunnossapitoa varten.
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25 Kunnossapito ja huolto

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainséadanto vaatii, ettd yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylm&aineen
kokonaistayttomaara [kg] / 1000

Tassa luvussa

25.1

252
253

Kunnossapidon varotoimet

25.1.1  Sahkovaarojen ehkdiseminen
Ulkoyksikdn vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tietoja huoltotilakdytosta
25.3.1  Alipaineistustilan kayttaminen
25.3.2  Kylmaaineen talteenotto

25.1 Kunnossapidon varotoimet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Ennen tydskentelyn aloittamista tulenarkaa kylmaainetta sisaltavissa jarjestelmissa
tarvitaan turvallisuustarkistuksia sen varmistamiseksi, etta syttymisvaara on
minimoitu. Siksi on noudatettava eraita ohjeita.

Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO: Sahkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotoitd, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkdn poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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25.1.1 S&hkoévaarojen ehkdiseminen

Invertterilaitteiston huolto:
1 Al3 suorita sahkotoitd 10 minuuttiin virran katkaisun jalkeen.

2 Mittaa virtaldhteen riviliittimen napojen vélinen jannite yleismittarilla ja
varmista, ettd virransyottd on katkaistu. Mittaa myds yleismittarilla kuvan
osoittamat kohdat ja tarkista, ettd paavirtapiirin kondensaattorin jannite on
alle 50 V DC. Jos mitattu jannite on edelleen suurempi kuin 50 V DC, pura
kondensaattorien varaus turvallisesti kayttamalla erityistda kondensaattorin
purkauskynaa kipindinnin valttamiseksi.
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3 Jotta piirilevy ei vahingoittuisi, poista staattinen sdhkod koskettamalla
paallystamatonta metalliosaa, ennen kuin irrotat tai kytket liittimia.

4 Varapiirilevyssa (A3P), joka on kytkinrasian kiinnityslevyn takana, saattaa olla
jddnndstehoa. Odota ennen huoltamista vahintdan 20 minuuttia, kunnes
piirilevyn vihred merkkivalo sammuu (katso alla oleva kuva).

@

a ik

il

5 Vedad irti ulkoyksikén tuuletinmoottorin liitin - X106A (A1P) ennen
invertterilaitteiston huoltotoimenpiteiden aloittamista. Ala kosketa jannitteisia

osia. (Jos tuuletin pyorii voimakkaan tuulen takia, se voi varastoida sahkoa
kondensaattoriin tai paapiiriin ja aiheuttaa sahkoiskun.)

6 Kun huolto on suoritettu loppuun, kytke liitin takaisin paikalleen. Muuten
naytetdan vikakoodi E7 eika jarjestelma toimi normaalisti.

Tarkempia tietoja on huoltokannen takapuolella olevassa kytkentakaaviossa.

Kiinnitd huomiota tuulettimeen. On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on

kaynnissa. Muista kytkea paakytkin pois pdalta ja irrottaa sulakkeet ulkoyksikossa
olevasta ohjauspiirista.

25.2 Ulkoyksikdn vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat vahintaan kerran vuodessa:
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= Ldmmodnvaihdin

Ulkoyksikdn [dmmoénvaihdin voi tukkiutua polyn, lian, lehtien jne. takia. On
suositeltavaa, ettd lammodnvaihdin  puhdistetaan vuosittain.  Tukkiutunut
[dmmonvaihdin  voi johtaa lilan alhaiseen paineeseen tai lilan korkeaan
paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

25.3 Tietoja huoltotilakaytdsta

Kylmaaineen talteenotto/alipaineistus on mahdollista kdyttamalld asetusta [2-21].
Katso tietoja tilan 2 asettamisesta kohdasta "22.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 120].

Kun kaytetaan alipaineistus/talteenottotilaa, tarkista ennen aloittamista erittdin
huolellisesti, ~ mitd  pitdisi  alipaineistaa/talteenottaa.  Katso lisatietoja
alipaineistamisesta ja talteenotosta sisayksikdn asennusoppaasta.

25.3.1 Alipaineistustilan kayttaminen

1 Kun yksikko on pysaytetty, kdynnista alipainetila aktivoimalla asetus [2-21].

Tulos: Vahvistamisen jalkeen sisa- ja ulkoyksikdiden paisuntaventtiilit aukeavat
kokonaan. Talloin H1P syttyy ja kaikkien sisayksikoéiden kayttoliittymassa nakyy
TEST (koekéayttd) ja (ulkoinen ohjaus) ja kayttd on estetty.

2 Tyhjenna jarjestelma tyhjopumpulla.

3 Lopeta alipaineistustila painamalla BS1.

25.3.2 Kylmaaineen talteenotto

Tama tdytyy tehda kylmdaineen talteenottoyksikon avulla. Noudata samaa
menetelmaa kuin imuroinnissa.

% VAARA: RAJAHDYSVAARA
L: Poispumppaus - Kylmaainevuoto. Jos haluat pumpata kylmaaineen pois

jarjestelmasta, ja kylmdainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikdbn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmdaineen voi kerata jarjestelmasta ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kdynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmas, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla

kaynnissa.
HUOMIO
ALA ota 6ljya talteen, kun otat kylmaainetta talteen. Esimerkki: 6ljynerotinta
kayttamalla.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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26 Vianetsinta
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26.1 Yleiskuvaus: Vianetsinta

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikon perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi selvia vikoja, kuten
loysid liitantoja ja viallisia johtoja.

26.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

c VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

VAROITUS
= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, ettda yksikké on irrotettu

verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

* Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vielakaan saa selville vian syytd, soita jalleenmyyjallesi.

VAROITUS
Valtd vaarat vahingossa tapahtuvan lampdsuojan nollaamisen varalta: tahan

laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sita saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

26.3 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti.

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla BS3 ja kokeile
toimenpidettd uudelleen.

TIETOJA

@
l Jos tapahtuu toimintahdirio, vikakoodi ndytetddn ulkoyksikon 7-segmenttisessa

naytossa ja sisayksikon kayttoliittymassa.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S -jarjestelmadilmastointilaite
4P848372-1A - 2026.07

|4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
145



26 | Vianetsinta

26.3.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos muita virhekoodeja tulee nadkyviin, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Paikoodi Syy Ratkaisu SVEO@ | svs®
RO- ¢t | Yhden sisdyksikon R32-anturi on Mahdollinen R32-vuoto. Jarjestelma v v
tunnistanut kylmaainevuodon'® kdynnistdaa automaattisesti kylmaaineen
talteenottotoimenpiteen kaiken kylmaaineen
keraamiseksi ulkoyksikkéon. Kun
kylmaaineen talteenottotoimenpide on
paattynyt, jarjestelmayksikko siirtyy lukittuun
tilaan. Vuodon korjaamiseen ja jarjestelman
aktivoimiseen tarvitaan huoltoa. Katso
lisatietoja huolto-oppaasta.
Ao/CH | Turvajarjestelman virhe Turvajarjestelmaan liittyva virhe. v
i (c)
(vuodontunnistus) Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
CH-0 ¢ |Jonkin sisdyksikdn R32-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
L e e (c)
toimintahairio Jarjestelmd jatkaa toimimista, mutta
kyseinen sisayksikkd lakkaa toimimasta.
Katso lisdtietoja huolto-oppaasta.
CH-O Jonkin sisayksikon R32-anturin Jonkin anturin kayttoika on paattynyt, ja se
kayttoika paattynyt'© taytyy vaihtaa.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
£H-05 | R32-anturi 6 kuukautta ennen Jonkin R32-anturin kayttoika on paattymassa,
kayttdian paattymista jossakin ja se taytyy vaihtaa pian.
sisdyksikossa'®
CH- 10 | Odotetaan jonkin sisdyksikon R32- Odotetaan vahvistusta siita, etta yhden
anturin vaihdon vahvistusta'” sisdyksikén R32-anturi on vaihdettu.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
E3 = Ulkoyksikdon sulkuventtiili on jaanyt|= Avaa sulkuventtiili sekd kaasu- etté v
kiinni. nestepuolella.
= Liikaa kylmaainetta = Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen
maara putkiston pituuden perusteella ja
korjaa kylmaaineen tayttdtaso poistamalla
ylimaardinen  kylmdaine jarjestelmdsta
kylmaaineen palautuskoneella.
EH = Ulkoyksikdn sulkuventtiili on jaanyt|= Avaa sulkuventtiili sekd kaasu- etta v
kiinni. nestepuolella.
= Liian vahan kylmaainetta = Tarkista, onko lisdkylmaaineen lisdys
suoritettu onnistuneesti. Laske uudelleen
tarvittava kylmaaineen maarad putkiston
pituuden perusteella ja lisdd tarvittava
maara kylmaainetta.
Eq Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
toimintahairio (Y1E) — A1P (X21A) /
(Y3E) — A1P (X23A)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Paikoodi Syy Ratkaisu SVEO® | svs®
F3 = Ulkoyksikdon sulkuventtiili on jadnyt|= Avaa sulkuventtiili sekd kaasu- ettd v
kiinni. nestepuolella.
= Liian vahan kylmaainetta = Tarkista, onko lisdkylmadaineen lisdys
suoritettu onnistuneesti. Laske uudelleen
tarvittava kylmaaineen maarad putkiston
pituuden perusteella ja lisdd tarvittava
maara kylmdainetta.
F& Lilkaa kylmaainetta Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen v
madara putkiston pituuden perusteella ja
korjaa kylmaaineen tayttdtaso poistamalla
ylimdardinen kylmaaine jarjestelmasta
kylméaaineen palautuskoneella.
HT Ympériston lampotila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitéanta. v
toimintahairid (R1T) - A1P (X18A)
43 Poistolampétila-anturin toimintahairio | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
(R21T): avoin piiri / oikosulku — A1P
(X19A)
s Imuldampaotila-anturin toimintahdirio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
(R3T) — A1P (X30A) (imu) / (RST) — AP
(X30A) (alijaahdytys)
= Nesteen ldmpotila-anturin (kierukka) | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
toimintahairio (R4T) - A1P (X30A)
47 Nesteen lampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen liitanta. v
(alijddhdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairio (R7T) - A1P (X30A)
49 Kaasun lampotila-anturin (alijaghdytys- | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta. v
HE) toimintahairio (R6T) — A1P (X30A)
(ylikuumennus)
A Korkeapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen liitanta. v
(SINPH)avoin piiri / oikosulku — A1P
(X32A)
Jr Matalapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen liitanta. v
(SINPL): avoin piiri / oikosulku — A1P
(X31A)
L Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: Tarkista yhteys. v
INV1 / FAN1-tiedonsiirto-ongelma
=l INV1 epasymmetrinen Tarkista, onko virransyottd alueen sisalla.
virransyottdjannite
e Riittamaton syottéjannite Tarkista, ettd syottojannitetta syotetdan v
asianmukaisesti.
3 Vikakoodi: Jarjestelman koekadyttod ei | Suorita jarjestelman koekaytto.
ole vield suoritettu (jarjestelmaa ei voi
kayttaa)
Ly Ulkoyksikkdon ei tule virtaa. Tarkista, onko ulkoyksikon virtajohdot v
kytketty oikein.
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Paikoodi Syy Ratkaisu SVEO@ | svs®

uq = Jarjestelman yhteensopimattomuus. | Tarkista, onko muissa sisdyksikdissa v

Vaarantyyppisia sisayksikoita | toimintahairio, ja vahvista, etta
yhdistetty (R410A, R407C, RAtms.) |sisayksikodiden yhdistelma on sallittu.
= Sisdyksikon toimintohdirid

U Liitettyjen sisdyksikoiden tyyppi on Tarkista liitettyjen sisdyksikdiden tyyppi. Jos v

vaara. ne eivdt ole oikeat, vaihda ne sopiviin.

LIH Virhe yksikoiden valisissa liitdannoissa. | Tee yksikoiden valiset liitdnnat oikein liitetyn v
BP-yksikon liittimistd F1 ja F2 ulkoyksikon
piirilevyyn (TO BP UNIT). Varmista, etta
tiedonsiirto BP-yksikdn kanssa on otettu
kayttoon.

UF = Ulkoyksikdon sulkuventtiili on jadnyt|= Avaa sulkuventtiili sekd kaasu- ettd v

kiinni. nestepuolella.

= Kyseisen  sisayksikon  putkia ja|= Tarkista, ettd kyseisen sisdayksikon putket ja
kaapeleita ei ole liitetty oikein| kaapelit on liitetty oikein ulkoyksikkdon.
ulkoyksikkoon.

@) SVEO-liittimessa on sdhkokontakti, joka sulkeutuu, jos osoitettu virhe esiintyy.
) Svs-liittimessa on sahkdkontakti, joka sulkeutuu, jos osoitettu virhe esiintyy.
@ Virhekoodi naytetdan vain sisayksikon kayttoliittymassa, kun virhekoodi esiintyy.

26.4 Kylmaainevuodon tunnistusjarjestelma

Normaali toiminta

Normaalin toiminnan aikana vain hélytys- ja valvojan kaukosaadin ei toimi.
Kaukosdatimen ndytto on pois paalta vain halytys- ja valvojatilassa. Kaukosaatimen
toiminta voidaan tarkistaa avaamalla asentajavalikko @-painiketta painamalla.

.....

Lampdpumppu, ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)
Keskuskaukosaadin (lisdvaruste)

Q -~ Q. T O

Huomautus: Jarjestelmdn kadynnistyksen aikana kaukosaatimen tila voidaan
tarkistaa naytosta.

Vuodontunnistustoiminto

Jos sisayksikdn R32-anturi havaitsee kylmdainevuodon, kdyttajaa varoitetaan
vuotavan sisayksikon kaukosaatimen (ja valvojan kaukosadatimen, jos on) dani- ja
valosignaaleilla. Samalla ulkoyksikkd kaynnistaa kylmaaineen
talteenottotoimenpiteen vdhentdmdan sisdjdrjestelmassa olevan kylmaaineen
maarad.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Kylmaaineen talteenottotoiminnon jalkeen naytetdan virhekoodi, ja yksikkd on
lukitussa tilassa. Kaukosaatimen palaute vuodontunnistustoiminnon jalkeen riippuu
sen tilasta.

Vuodon korjaamiseen ja jdrjestelman aktivoimiseen tarvitaan huoltoa. Katso
lisdtietoja huolto-oppaasta.

VAROITUS
Yksikdssa on kylmdainevuodon tunnistusjarjestelma turvallisuuden takia.

Jotta yksikko olisi tehokas, sen tadytyy saada sahkovirtaa koko ajan asennuksen
jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.

Lampdpumppu, ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen erdissa tilanteissa)

Keskuskaukosaadin (lisavaruste)

Kylmdainevuoto

Ulkoyksikon virhekoodi 7-segmenttisessa naytossa

Virhekoodi A0-11 ja kuuluva hdlytys ja punainen varoitussignaali annetaan tasta
kaukosdatimesta.

k Virhekoodi U9—-02 ndytetddn tdssa kaukosaatimessa. Ei halytysta tai varoitusvaloja.
| Virhekoodi AO-11 ja kuuluva halytys ja punainen varoitussignaali annetaan tasta
valvojan kaukosadatimesta. Yksikon osoite naytetaan tassa kaukosaatimessa.

— =T -nD® QO T O

Huomautus: Vuodontunnistushalytys voidaan pysdyttdd kaukosdatimestd ja
sovelluksesta. Pysayta halytys kaukosdatimestd painamalla painiketta a 3 sekuntia.

Huomautus: Vuodontunnistus aktivoi SVS-1ahdon. Katso lisdtietoja kohdasta
"20.3 Ulkoisten lahtojen kytkeminen" [» 114].

Huomautus: Sisayksikkda varten voidaan lisata valinnainen lahtopiirilevy ulkoisen
laitteen 13htda varten. Lahtopiirilevy laukeaa, jos havaitaan vuoto. Katso mallin
tarkka nimi sisdayksikon lisavarusteluettelosta. Katso lisatietoja tasta lisdvarusteesta
valinnaisen lahtopiirilevyn asennusoppaasta

Huomautus: Erditd keskuskaukosdatimida voidaan kayttdd myos valvojan
kaukosaatimena. Lisatietoja asennuksesta on keskuskaukos&atimien
asennusoppaassa.

HUOMIO
R32-kylmaaineen vuotoanturi on puolijohdetunnistin, joka saattaa tunnistaa

virheellisesti muita aineita kuin R32-kylmaainetta. Valtd kemiallisten aineiden (esim.
orgaanisten liuottimien, hiussuihkeen, maalin) kayttamissa suurina pitoisuuksina
lahella sisayksikkoa, silla se voi aiheuttaa R32-kylmaaineen vuotoanturin virheellisen
tunnistuksen.
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27 Havittaminen

HUOMIO
ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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28 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta
(julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavilla

Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

Tassa luvussa
28.1  HUOIOLIA: UIKOYKSTKKO ...ttt ettt ettt ettt 152
......................................................................................................................................................... 154
155

28.2  Putkikaavio: Ulkoyksikkd
28.3  Kytkentékaavio: Ulkoyksikkd
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28.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

Imupuoli Alla olevissa kuvissa imupuolen huoltotila perustuu lampotilaan 35°C DB ja
jaahdytyskayttoon. Varaudu lisatilaan seuraavissa tapauksissa:

= Kun imupuolen lampédtila ylittda sdannollisesti taman lampaotilan.

= Kun ulkoyksikoiden [dampdkuorman odotetaan saannollisesti ylittdvan
maksimikayttokapasiteetin.

Poistopuoli Ota kylmaaineputkityét huomioon yksikoiden sijoittelussa. Jos asettelu ei vastaa mitdan alla
olevaa asettelua, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Yksi yksikko (E) | Yksi yksikkorivi (Fass
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
=0 B — 2100
e, A, B,C — 2100"| 2100 | 2100
B,E — >100 21000 <500
A B CE |— 2150(| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D,E — 2500 (21000 <500
B,D Hp>Hy >100 >500
HpsHy >100 2500
B,D, E Ho>H,  |Hgs%H, >250 >750 (21000 <500
YsH, <Hg<H, >250 >1000/>1000| <500
Hg>Hy ® 1
HosHy  [Ho<%eH, >100 >1000/21000 <500
Y%H <Hp<H, >200 >1000(21000 <500
Hp>Hy ®
A B, C — 2200"| 2300 [=1000
A B CE |— >200"| 2300 |>1000 21000 <500
D — 21000
D, E — 21000|21000| <500
B,D Ho>Hy >300 21000
HosH,  |Ho<%H, 2250 >1500
YaH, <Hp<H, 2300 21500
B,D, E Ho>Hy  |Hg<%H, >300 >1000/>1000| <500
YsH,<Hg<H, >300 >1250(21000| <500
Hg>Hy ® 1+2
HosHy  [Ho<VeH, >250 >1500(21000 <500
Y%sH <Hp<H, >300 >1500|21000 <500
Ho>Hy o

WKayta huollettavuuden parantamiseksi sivusuuntaista etdisyyttd >250 mm.

A, B, C,D Esteet (seindt/suojalevyt)
E Este (katto)
a, b, c,d, e Pienin huoltotila yksikon ja esteiden A, B, C, D ja E valissa
ey Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan valissa esteen B suuntaan
e, Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan valissd esteen D suuntaan
H, Yksikon korkeus
Hg, Hy, Esteiden B ja D korkeus
1 Tiivista asennuskehyksen pohja, jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin
imupuolelle yksikén pohjan kautta.
Enintdan kaksi yksikkda voidaan asentaa.
O Eisallittu

N
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T
Useita yksikkoriveja ()

Hg Hy b [mm]
Hg<1%H, b=2250
Y2Hy<HgsH, b=300
Hg>H, (N

WKayta huollettavuuden parantamiseksi sivusuuntaista etdisyyttd >250 mm.

. _— N @@@I
Pinotut yksikot (enintdan 2 tasoa) (T 1@ 1T 1¥)

EJEJE] A1 A2
[ERENEN ™

ENENEN
ENENEN

B1 B2

ENENEN
ENENEN

WKayta huollettavuuden parantamiseksi sivusuuntaista etdisyyttd >250 mm.

A1=>A2 (A1) Jos vedenpoisto voi tippua ja jaatya yla- ja alayksikoiden véliin...
(A2) Niin asenna katto yla- ja alayksikoiden valiin. Asenna ylayksikko riittavan
korkealle alayksikon ylapuolelle, jotta ylayksikon pohjalevyyn ei pdase kertymaan
jaata.

B1=>B2 (B1)Jos vedenpoisto ei voi tippua ja jaatya yla- ja alayksikoéiden valiin...
(B2) Niin kattoa ei tarvitse asentaa, mutta tiivista rako yla- ja alayksikoiden valissa,
jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin imupuolelle yksikon pohjan kautta.
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28.2 Putkikaavio: Ulkoyksikkd

Y2E

b
a Neste Termistorit:
b Kaasu R1T Termistori (ymparisto)
¢ Tayttoportti R3T Termistori (imu)
d Huoltoportti R4T Termistori (neste)
e Sulkuventtiili R5T Termistori (alijaghdytys)
f Kylmaaineen suodatin R6T Termistori (ylikuumennus)
g Takaiskuventtiili R7T Termistori (lammaonvaihdin)
h Paineenalennusventtiili R10T Termistori (ripa)
i PCB-jaahdytys R21T Termistori (poisto)
j Kaksiputkinen lammonvaihdin
k Jakaja Kylma&aineen virtaus:
I Ldmmonvaihdin —= Jaahdytys
m  Akkumulaattori = Ldmmitys
n Vaimennin
o Kapillaariputki
p Kompressorin akkumulaattori
M1C Kompressori
M1F Tuuletinmoottori
S1PH Korkeapainekytkin
SINPL Matalapaineanturi
SINPH Korkeapaineanturi
Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (pda — EVM1)
Y2E Elektroninen paisuntaventtiili (EVT)
Y3E Elektroninen paisuntaventtiili (pda — EVM?2)
Y4E Elektroninen paisuntaventtiili (EVL)
Y5E Elektroninen paisuntaventtiili (EVSL)
Y6E Elektroninen paisuntaventtiili (EVSG)
Y1S 4-tieventtiili
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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28.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko

Johtokaavio toimitetaan yksikon mukana, sijaitsee huoltokannen sisapuolella.

Symbolit:

X1M Paaliitin

. Maadoitusjohto

15 Johtonumero 15
——————— Kenttdjohdin

Dl | @ Kenttakaapeli

©) Useita johdotusmahdollisuuksia
i Lisdvaruste

o Ei kiinnitetty kytkinrasiaan
] Johdotus mallin mukaan
L] PCB

Kytkentdkaavion selitys (yksivaiheiset mallit V1):

A1P Piirilevy (paa)
A2P Piirilevy (ali-)
A4P Piirilevy (jaahdytys/lammitysvalitsin)
BS* (A1P) Painikkeet (tila, asetus, paluu, testaus, nollaus)
DS* (A1P) DIP-kytkin
E1H Pohjalevyn lammitin (lisdvaruste)
E1HC Kampikotelon lammitin
F1U (A1P) Sulake (M 56 A/ 250V)
F1U (A2P) Sulake (T 3,15A /250V)
F1U Sulake (T 1,0 A/ 250 V)
F2U (A1P) Sulake (T6,3A/250V)
F3U (A1P) Sulake (T 6,3 A/250V)
F6U (A1P) Sulake (T 5,0 A /250 V)
HAP (A1P) Kaynti-LED (huoltomonitori vihrea)
K*M (A1P) Piirilevyn kontaktori
K*R (A*P) Piirilevyn rele
M1C Moottori (kompressori)
M1F Moottori (tuuletin)
PS (A*P) Paavirran kytkenta
Ql Ylikuormakytkin
Q1DI Maavuotokatkaisin (ei sisally toimitukseen)
R1T Termistori (ymparisto)
R3T Termistori (imu)
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R4T
RST

R6T

R7T

R10T
R21T

R*T
SINPH
SINPL
S1PH

515

s25

SEG* (A1P)
SFB
VIR, V2R (A1P)
V3R (A1P)
X*A

X*M

X*Y

Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y1s

Y3s

Y45S

7*C

Z*F (A*P)

Termistori (neste)
Termistori (alijaahdytys)
Termistori (ylikuumennus)
Termistori (lammonvaihdin)
Termistori (ripa)
Termistori (poisto)
PTC-termistori

Korkeapaineanturi

Matalapaineanturi

Korkeapainekytkin

llIman ohjauskytkin (lisdvaruste)

Jaahdytyksen/lammityksen valintakytkin (lisavaruste)
7-segmenttinen ndyttd

Mekaanisen ilmanvaihdon virhetulo (ei sisally toimitukseen)
IGBT-virtamoduuli

Diodimoduuli

Piirilevyn liitin

Riviliitin

Liitin

Elektroninen paisuntaventtiili (paa — EVM1)

Elektroninen paisuntaventtiili (EVT)

Elektroninen paisuntaventtiili (paa — EVM?2)

(
(
(
Elektroninen paisuntaventtiili (EVL)
Elektroninen paisuntaventtiili (EVSL)
Elektroninen paisuntaventtiili (EVSG)
Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)

Virhetoiminnon 1&dhto (SVEO) (ei sisally toimitukseen)
Vuotoanturin [dhto (SVS) (ei sisally toimitukseen)
Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Kohinasuodatin

Kytkentdkaavion selitys (kolmivaiheiset mallit Y1):

Al1P Piirilevy (paa)
A2P Piirilevy (ali-)
A4P Piirilevy (jaahdytys/lammitysvalitsin)
A5P Piirilevy (kohinasuodatin)
BS* (A1P) Painikkeet (tila, asetus, paluu, testaus, nollaus)
C* (A1P) Kondensaattorit
DS* (A1P) DIP-kytkin
Asentajan ja kiyttajan viiteopas P DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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E1H Pohjalevyn lammitin (lisdvaruste)
E1HC Kampikotelon lammitin

F1U (A1P) Sulake (T 6,3 A/250V)

F1U (A2P) Sulake (T 3,15A /250V)

F1U Sulake (T 1,0 A/ 250 V)

F6U (A1P) Sulake (T 6,3A/250V)

F7U (A1P) Sulake (T 5,0 A/ 250V)

HAP (A1P) Kaynti-LED (huoltomonitori vihrea)
K*M (A1P) Piirilevyn kontaktori

K*R (A*P) Piirilevyn rele

L1R (A*P) Reaktori

M1C Moottori (kompressori)

M1F Moottori (tuuletin)

PS (A*P) Paavirran kytkenta

Ql Ylikuormakytkin

Q1DlI Maavuotokatkaisin (ei sisally toimitukseen)
R* (A*P) Vastus

R1T Termistori (ymparisto)

R3T Termistori (imu)

RAT Termistori (neste)

R5T Termistori (alijaahdytys)

R6T Termistori (ylikuumennus)

R7T Termistori (lammaonvaihdin)
R10T Termistori (ripa)

R21T Termistori (poisto)

R*T PTC-termistori

SINPH Korkeapaineanturi

SINPL Matalapaineanturi

S1PH Korkeapainekytkin

S1S [lIman ohjauskytkin (lisdvaruste)
S2S Jaahdytyksen/lammityksen valintakytkin (lisdvaruste)

SEG* (A1P) 7-segmenttinen nayttod

SFB Mekaanisen ilmanvaihdon virhetulo (ei sisally toimitukseen)
V*D Diodimoduuli
V1R, V2R (A1P) IGBT-virtamoduuli
V3R (A1P) Diodimoduuli
X*A Piirilevyn liitin
X*M Riviliitin
VRV 54 Jirieeimsimastointiate Woaixin e

4P848372-1A—2026.07



28 | Tekniset tiedot

X*Y
Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1S
Y3S
Y4S
7*C

*F (A*P)

Liitin
Elektroninen paisuntaventtiili (pda — EVM1)
Elektroninen paisuntaventtiili (EVT)

Elektroninen paisuntaventtiili (paa — EVM?2)

(
(
(
Elektroninen paisuntaventtiili (EVL)
Elektroninen paisuntaventtiili (EVSL)
Elektroninen paisuntaventtiili (EVSG)
Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)

Virhetoiminnon 1&dhto (SVEO) (ei sisally toimitukseen)
Vuotoanturin [dhto (SVS) (ei sisally toimitukseen)
Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Kohinasuodatin

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittdminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kdyttooppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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