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1 | Bu dokliman hakkinda

1 Bu dokiiman hakkinda

Hedef kitle

Yetkili montajcilar + son kullanicilar

. BILGI
l Bu cihaz uzman veya egitimli kullanicilar tarafindan atolyelerde, hafif sanayide ve

ciftliklerde ya da uzman olmayan kimseler tarafindan ticari amacl olarak kullanim igin
tasarlanmistir.

Dokiimantasyon seti
Bu dokliman bir doklimantasyon setinin parcasidir. Tam set sunlardan olusur:
= Genel giivenlik dnlemleri:

- Montajdan dnce okumaniz gereken givenlik talimatlari

- Format: kagida basil (dis Unitenin kutusunda)
= Dig linite montaj ve kullanim kilavuzu:

- Montaj ve kullanim talimatlari

- Format: kagida basil (dis Gnitenin kutusunda)
= Montajci ve kullanici referans kilavuzu:

- Montaj hazirligl, referans verileri,...

- Temel ve ileri duzey kullanim i¢in ayrintih adim adim talimatlar ve gerekli
bilgiler

- Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak
icin arama islevini Q kullanin.

Saglanan dokimanlarin en son revizyonu bolgesel Daikin web sitesinde yayinlanir
ve saticiniz araciliglyla temin edilebilir.

Orijinal yonergeler ingilizce yazilmistir. Diger diller asil talimatlarin cevirileridir.

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC.

Gulsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burcak Sokak No: 20 34848 Maltepe -
ISTANBUL / TURKIYE

Tel: +90 216 453 27 00
Faks: +90 216 671 06 00
Cagri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.1 Uyari ve simgelerin anlamlar

TEHLIKE
Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari gésterir.

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Elektrik carpmasina yol acabilecek durumlari gosterir.
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TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Asiri yuksek veya asirn dustk sicakliklar nedeniyle yanmaya/haslanmaya neden
olabilecek durumlari gosterir.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol agabilecek durumlari gosterir.

UYARI

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gésterir.

UYARI: YANICI MADDE

iKAZ

Klguk veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

DIKKAT

Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

BiLGi

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

-1 OB BB P P

Unitede kullanilan semboller:

Simge Aciklama

E:Izl Montajdan énce montaj ve kullanim kilavuzu ve kablo tesisati
talimat sayfasini okuyun.

@ Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden once servis
kilavuzunu okuyun.

|I|| Daha fazla bilgi icin montor ve kullanici basvuru kilavuzuna

bakin.

‘ﬁ Unite doner parcalar icerir. Unitede onarim ya da denetim
yaparken dikkatli olun.

Dokimantasyonda kullanilan semboller:

Simge Aciklama

Bir sekil basligini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: " 1-3 Sekil bashg!" "Bolium 1'de Sekil 3" anlamina
gelir.

@ Bir tablo bashgini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "= 1-3 Tablo bashg" "Bolim 1'de Tablo 3" anlamina
gelir.
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2 | Genel giivenlik dnlemleri

2 Genel guvenlik 6nlemleri

Bu bolimde

2.1 Montor icin 8
211 8
2.1.2 Montaj sahasi 9
213 Sogutucu — R410A veya R32 olmasi durumunda 9
214 Elektrik 11

2.1 Montorigin

2.1.1 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi veya calistirimasi gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RisKi

= Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra sogutucu akiskan borularina, su
borularina ve dahili pargalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu parcalar cok sicak veya
cok soguk olabilir. Normal oda sicakligina dénmesi icin bekleyin. MUTLAKA
dokunmaniz gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

UYARI

Ekipman veya aksesuarlarin uygun olmayan sekilde montaji veya baglanmasi elektrik
carpmasi, kisa devre, sizinti veya ekipmanda diger hasarlara neden olabilir. Aksi
belirtiimedikge YALNIZCA Daikin tarafindan uretilmis veya onaylanmis aksesuarlar,
istege bagl ekipmanlar ve yedek pargalar kullanin.

UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin kilavuzlarinda agiklanan
talimatlardan oncelikli olarak) ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.

UYARI

Hic kimsenin, 6zellikle de cocuklarin oynamamasi igin plastik ambalaj torbalarini yirtip
pargalayin ve ¢ope atin. Olasi sonug: bogulma.

UYARI

Unitenin kicik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek igin
gerekli 6nlemleri alin. Kiguk hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

iKAZ
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari gergeklestirirken uygun kisisel

koruyucu malzeme ve ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

> B BBEPB B P

iKAZ

Unitenin hava girisine veya aliminyum kanatlarina KESINLIKLE dokunmayin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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2 | Genel glivenlik 6nlemleri

iKAZ
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE ¢cikmayin, oturmayin ve basmayin.

DIKKAT
Su girisinin 6nlenmesi icin, dis Unitedeki calismalarin kuru hava kosullarinda

gerceklestirilmesi daha uygundur.

llgili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalari, test sonuclari,
bekleme sureleri... hakkinda bilgiler iceren bir kayit defterinin Urlinle birlikte
tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagida siralanan bilgiler Grtnin kolayca erisilebilen bir yerinde
TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatiimasi icin gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri
= ilgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulasilabilecek telefon numaralari

Avrupa icin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda belirtilmistir.

2.1.2 Montaj sahasl

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk birakin.

= Montaj sahasinin Unitenin agirligina ve titresimine dayanabileceginden emin
olun.

= ilgili alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma acikliklarini
KAPATMAYIN.

= Unitenin diiz durdugundan emin olun.
Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik  dalgalar  yayan makinelerin bulundugu  ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanin ariza
yapmasina neden olabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacaklari, karbon fiberi, tutusabilir
tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

= Korozif gazlarin (6rnek: sulfurik asit gazi) bulundugu ortamlar. Bakir borularin
veya lehimlenmis parcalarin korozyonu sogutucu akiskan kacaklarina neden
olabilir.

2.1.3 Sogutucu — R410A veya R32 olmasi durumunda

Uygunsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna veya montor
basvuru kilavuzuna bakin.

!, TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
‘\‘ﬁ/; Bosaltma — Sogutucu akiskan kagagi. Sistemi bosaltmak istiyorsaniz ve sogutucu

akiskan devresinde bir kagak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucu akiskani dis Uniteye toplamak igin kullanabileceginiz,
Unitenin otomatik bosaltma islevini KULLANMAYIN. Olasi sonug: Hava, calisan
kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine yanabilir ve patlayabilir.

= Unite kompresériiniin calismasina GEREK KALMAMASI icin ayri bir geri kazanim
sistemi kullanin.
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UYARI

Testler sirasinda, Urtine izin verilen maksimum basingtan (lnitenin isim plakasinda
belirtilmistir) daha yiiksek bir basing KESINLIKLE uygulamayin.

UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli onlemleri alin. Sogutucu gaz kagagi
meydana gelirse, ortami iyice havalandirin. Olasi riskler:

= Kapal bir odada sogutucu akiskan konsantrasyonlarinin asiri yiksek olmasi,
oksijen yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gaz atesle temas ettiginde zehirli gaz tretilebilir.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE dogrudan atmosfere salinmasina
izin vermeyin. Tesisatl bosaltmak icin bir vakum pompasi kullanin.

UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu ANCAK kagak testi ve
vakumlu kurutma islemi gerceklestirildikten sonra ytklenebilir.

Olasi sonug: Oksijen, calisan kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine
yanabilir ve patlayabilir.

DIiKKAT

= Kompresor arizalarini gidermek icin, KESINLIKLE belirtilen sogutucu akiskan
miktarindan fazlasini yiklemeyin.

= Sogutucu akiskan sisteminin agilmasi gerekiyorsa, sogutucu akiskanin mutlaka ilgili
mevzuata uygun sekilde muamele edilmesi GEREKIR.

DIiKKAT

Sogutucu akiskan boru montajinin ilgili mevzuata uygun oldugundan emin olun.
Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayili standarttir.

DIKKAT
Saha borularinin ve baglantilarinin gerilime MARUZ KALMADIGINDAN emin olun.

QI @ PP PP

DIiKKAT

TUm borular baglandiktan sonra, gaz kacagi olmadigindan emin olun. Gaz kacagi
kontrold igin nitrojen kullanin.

Yeniden sarj gerektiginde, Unitenin plakasina veya sogutucu sarj etiketine bakin.
Plakada sogutucu tipi ve gerekli miktar belirtilmistir.

Unite ister fabrikada sogutucu ile yiklenmis ister yiklenmemis olsun, her iki
durumda da, sistemin boru uzunluklarina ve boru ebadina baglh olarak ek
sogutucu sarj etmeniz gerekebilir.

YALNIZCA sistemde kullanilan sogutucu akiskan tipine 6zel aletler kullanin; bu,
basing direncini saglar ve sisteme yabanci madde girisini dnler.

Sivi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Eger Ardindan
Bir sifon tlUpU mevcuttur TUp bas yukari konumdayken sarj edin.
(6rn., "Sivi doldurma sifonu takili" isareti
taslyan tip)
Bir sifon tiipl mevcut DEGILDIR Tup bas asagl konumdayken sarj edin.

= Sogutucu akiskan tlplerini yavasca agin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi, normal calismayi
engelleyebilir.

iIKAZ
Sogutucu akiskan yukleme prosediri tamamlandiginda veya duraklatildiginda,

sogutucu akiskan tankinin vanasini derhal kapatin. Vana derhal KAPATILMAZSA kalan
basingla ilave sogutucu akiskan ylklenebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu akiskan
miktari.

2.1.4 Elektrik

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RisKi

= Anahtar kutusu kapagini ¢cikartmadan, elektrik kablosu baglamadan veya elektrikli
parcalara temas etmeden 6nce tim glic beslemelerini KAPALI konuma getirin.

= Servis islemine baslamadan once, gii¢ kaynagini 10 dakikadan daha uzun bir stre
kesin ve ana devre kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki gerilimi olclin. Elektrikli bilesenlere dokunulabilmesi icin, gerilimin
MUTLAKA 50 V DC degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari igin,
kablo semasina bakin.

® Elleriniz 1slakken, KESINLIKLE elektrikli bilesenlere dokunmayin.
= Servis kapag! agtk konumdayken, KESINLIKLE Ginitenin basindan ayriimayin.

UYARI
Fabrikada MONTE EDILMEMISSE, kategori Il asiri gerilim kosullarinda tiim

kutuplarinda tam ayirma saglayacak bir kontak ayirma mevcut bir ana anahtar veya
diger baglanti kesme araglari MUTLAKA sabit kablolara baglanmalidir.
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A

UYARI

* YALNIZCA bakir teller kullanin.

= Saha kablolarinin  ulusal kablo tesisati ydnetmeliklerine uygun olarak
dosendiginden emin olun.

®= Tum saha kablolari mutlaka Urlnle verilen kablo semalarina uygun olarak
BAGLANMALIDIR.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin, borulara ve keskin kenarlara
TEMAS ETMEDIGINDEN emin olun. Terminal baglantilarina disaridan baski
uygulanmadigindan emin olun.

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke
borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Eksik veya
yanlis topraklama, elektrik garpmasina neden olabilir.

= Ozel olarak ayrilmis bir giic devresinin kullanildigindan emin olun. Bagka bir
cihazla paylasilan bir glic beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan emin olun.

= Bir toprak kagagl kesicisinin takildigindan emin olun. Aksi takdirde, elektrik
carpmasi veya yangin ortaya cikabilir.

® Topraklama kagagl koruyucu monte edilecekse, topraklama kagagi
koruyucusunun gereksiz yere acgilmasini énlemek igin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (ytksek frekansl elektrik karisimina dayanikl) oldugundan emin olun.

A

UYARI

= Elektrik isi tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli bilesenin ve anahtar kutusu
icindeki terminalin sikica baglandigini dogrulayin.

= Unite calistirilmaya baslamadan énce tiim kapaklarin kapatildigindan emin olun.

A

IKAZ
= Glc beslemesini baglarken: Akim tasiyan baglantilari yapmadan o6nce, ilk olarak
toprak kablosunu baglayin.

= GUg¢ beslemesinin baglantisini keserken: Toprak baglantisini ayirmadan 6nce, ilk
olarak akim tasiyan kablolarin baglantisini kesin.

® GU¢ beslemesi gerilim azaltma ile terminal blogunun kendisi arasindaki
iletkenlerin uzunlugu, gl¢ beslemesinin gerilim azaltmadan ayrilmasi olasiligina
karsl, toprak telinden 6nce akim tasiyan teller gerdirilmis gibi OLMALIDIR.

®

DiKKAT

Gug kablolari désenirken alinmasi gereken dnlemler:
VN VN
[ [ ) oon @
v X X

= Glg terminal bloguna farkli kalinliktaki kablolar BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki
gevseklikler anormal iIsinmaya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolari baglarken, yukaridaki sekilde gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama icin, belirtilen gtic kablolarini kullanin ve bu kablolari saglam sekilde
baglayin ve ardindan terminal kartina harici basing uygulanmasini 6nlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak icin uygun bir tornavida kullanin. Kiguk bash bir
tornavida, vida basina zarar verebilir ve vidanin dogru sekilde sikilmasini
engelleyebilir.

= Terminal vidalari asiri sikilirsa kirilabilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Olasi karismalari 6nlemek igin, glic kablolarini televizyon ve radyolara en az 1 metre
uzaktan gecirin. Radyo dalgalarina bagl olarak, 1 metre mesafe vyeterli
OLMAYABILIR.

DIKKAT

YALNIZCA gli¢c kaynaginin trifaze olmasi ve kompresorde bir ACIK/KAPALI baslangi¢
yonteminin bulunmasi durumunda gecerlidir.

Uriin galisirken anlik bir kesintinin veya giiciin GIDIP GELMESININ ardindan ters fazin
devreye girmesi ihtimali varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriiniin ters fazda calistiriimasi, kompresére ve diger parcalara zarar verebilir.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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3 Ozel montor guvenlik talimatlar

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun.

Montaj sahasi (bkz. "17.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi" [» 68])

UYARI

Uniteyi dogru monte etmek icin bu kilavuzdaki servis alani boyutlarina uyun. Bkz.
"'28.1 Servis boslugu: Dis Unite" [» 154].

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acgik alevler, calisan bir gazli gerec veya
calisan bir elektrikli isitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

A
A
A

iKAZ

Cihaz genel halkin erisimine acik DEGILDIR, kolay erisime karsi korunan, givenli bir
alana monte edin.

ic ve dis dahil bu tnite ticari ve hafif endiistriyel ortamda montaja uygundur.

Unitenin agilmasi ve kapatilmasi (bkz. "17.2 Unitenin agiimasi ve
kapatiimasi" [» 72])

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

> P

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Dis Uinitenin montaji (bkz. "17.3 Dis Gnitenin montaji" [» 73])

>

UYARI

Dis Uniteyi sabitleme yontemi, bu kilavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz.
"17.3 Dis Unitenin montaji" [» 73].

Sogutucu borularinin baglanmasi (bkz. "18.2 Sogutucu borularinin
baglanmasi" [» 82])

UYARI
Stop vanasi iginde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu firlatabilir.

Bu talimatlar dogru sekilde takip EDILMEZSE, kosullara bagl olarak ciddi olabilecek
maddi hasar veya kisisel yaralanmaya neden olabilir.

> P

UYARI

QY

Hicbir zaman ucu ezilmis borulari sert lehim islemi ile SOKMEYIN.

Stop vanasi icinde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu firlatabilir.

>

iKAZ
Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI
Unitenin kiciik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullanilmasini énlemek icin

gerekli 6nlemleri alin. Kigtk hayvanlarin elektrikli pargalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

DIKKAT
Bu (initeye, kullanim émriinti garanti etmek igin KESINLIKLE kurutucu monte etmeyin.

Kurutma malzemesi ¢ozlinerek sisteme zarar verebilir.

Sogutucu sarji (bkz. "19 Sogutucu akiskan doldurma" [» 97])

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti
YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

= Tam alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kacak yaptigl kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar tniteyi KULLANMAYIN.

UYARI
Sogutucu sarji bu kilavuzda gelen talimatlar dogrultusunda OLMALIDIR. Bkz.

"19 Sogutucu akiskan doldurma" [» 97].

UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler patlamalara ve kazalara
neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari icerir. Kiresel isinma potansiyeli (GWP) degeri 675'tir. Bu
gazlarin atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu eldiven ve koruyucu gézliik takin.

Elektrik tesisati (bkz. "20 Elektrik tesisat" [» 107])

UYARI
= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve

ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

® Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI
Elektrik tesisati bu kilavuzda gelen talimatlar dogrultusunda OLMALIDIR. Bkz.

"20 Elektrik tesisati" [» 107].

UYARI
Guc besleme kablolari icin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.
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UYARI
* GUg beslemesinde N fazi yoksa veya hatali ise, cihaz bozulabilir.

= | ve N fazi tellerini DEGISTIRMEYIN, iinite zarar gor(r.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin 6zellikle de
yuksek basing tarafindaki borulara veya keskin kenarlara temas etmemesine
dikkat edin.

Bu Unitede bir inverter bulundugundan, faz ilerletme kapasitorti TAKMAYIN. Faz
ilerletme kapasitoria performansi dislrir ve kazalara sebebiyet verebilir.

UYARI

Besleme kablosu zarar goriirse tehlikeye meydan vermemek igin imalatgl, onun servis
temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

iKAZ

Gereginden uzun kablolari KESINLIKLE tniteye yerlestirmeyin ve zorlamayin.

UYARI

Kablo konektorleri, kablo baglanti kelepgeleri, bantl kablolar, uzatma kablolari
kullanarak glic besleme veya ara baglanti kablosunu UZATMAYIN.

> B> B

Bunlar, asiri Isinma, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

Isletmeye alma (bkz. "23 isletmeye alma" [» 138])

iKAZ
ig linite(ler) iizerinde galisirken test isletimini GERGEKLESTIRMEYIN.

Test isletimini gerceklestirirken SADECE dis tinite DEGIL ayni zamanda bagli i¢ tnite
de calisacaktir. Test isletimi gerceklestirirken bir i¢c Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndiigiinde yaralanmaya neden olur.

> P

Sorun giderme (bkz. "26 Sorun giderme" [» 147])

UYARI

= Unitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA Unitenin ana
sebekeyle baglantisinin kesildiginden emin olun. ilgili devre kesiciyi kapatin.

>

= Bir emniyet cihazi faaliyete gectiginde, onu eski durumuna getirmeden 6nce
Uniteyi durdurun ve emniyet cihazinin neden harekete gectigini anlayin.
KESINLIKLE emniyet cihazlarinin yéniini saptirmayin veya fabrika ayari disindaki
bir degere degistirmeyin. Sorunun nedenini bulamiyorsaniz, saticinizi arayin.

UYARI

Termal kesicinin yanlislikla sifirlanmasindan  o6tirt dogabilecek bir tehlikeden
kacinmak icin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamalidir.

>

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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3.1 R32 sogutucu kullanan ekipmanlar icin talimatlar
UYARI: HAFiF YANICI MADDE
AAQL ARI: HAFIF YANL
Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler diginda temizlik malzemeleri veya buz c¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz mekanik hasarlara maruz kalmayacak sekilde ve surekli calisan atesleme
kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gerec veya calisan bir elektrikli
isiticl) bulunmadigi iyi havalandirilan bir odada saklanmali ve oda biyuklGgl asagida
belirtildigi gibi olmalidir.

UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim islemlerinin Daikin talimatlarina ve ilgili mevzuata
(6rnegin ulusal gaz yonetmeligi) uydugundan ve SADECE yetkili kisiler tarafindan
yapildigindan emin olun.

UYARI

= Sogutucu borularinda asiri titresim veya sarsintidan kaginmak igin énlemler alin.

> B P

= Koruma cihazlari, borular ve baglanti parcalarini olumsuz cevresel etkilere karsi
mimkin oldugunca koruyun.

= Uzun boru hatlarinin genlesmesi ve buztismesi igin yer saglayin.

= Sogutma sistemlerinde borulari, hidrolik sokun sisteme zarar verme olasiligini en
aza indirecek sekilde tasarlayin ve monte edin.

= j¢ mekan ekipman ve borularini, hareketli mobilya veya yeniden yapim faaliyetleri
gibi olaylarda ekipman veya borularin yanlislikla yirtilmayacagi sekilde givenli bir
sekilde monte edin ve koruyun.

UYARI
Bir veya daha fazla oda, bir kanal sistemi kullanilarak tniteye bagli ise, sunlardan

emin olun:

= zemin alaninin minimum zemin alani A (m?)'den daha az olmasi durumunda
calisan atesleme kaynaklari (6rnegin: acik alevler, calisan bir gaz cihazi veya
calisan elektrikli isitict) yoktur.

= potansiyel bir atesleme kaynagi olabilecek higbir yardimci cihaz, kanal tesisatinin
icine monte edilmemistir (6rnek: 700°C'yi asan sicakliga sahip sicak ylzeyler ve
elektrik anahtarlama cihaz);

= Kanal calismasinda sadece Uretici tarafindan onaylanan yardimci cihazlar
kullanilmistir;

= hava girisi VE cikisi kanal sistemi ile dogrudan ayni odaya baglaniyor. Hava giris
veya cikisl icin asma tavan gibi bosluklari bir kanal olarak KULLANMAYIN.

UYARI
Emniyet kesme vanalari, oda havalandirilana kadar sifirlanmamalidir. Sifirlanmalari,

odaya ilave yanici sogutucu salinmasina neden olabilir.
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iKAZ
Sogutucu kagaklarini ararken veya tespit etmek icin potansiyel atesleme kaynaklarini

KULLANMAYIN.

DIKKAT
= Daha once kullaniimis olan baglantilari ve bakir contalari tekrar KULLANMAYIN.

® Montajda sogutucu sisteminin kisimlari arasinda yapilan baglantilar bakim
amaciyla erisilebilir olmalidir.

Sisteminizin sarj sinirlamasi gereksinimini karsilayip karsilamadigini kontrol etmek
icin bkz. "16.3 Sarj sinirini belirlemek icin" [» 60].
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4 Kullanicr gtvenlik talimatlari

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun.

Bu bolimde
4.1 [T T TSSOSO PP PRPRPUPOY 20
4.2 GUVENITISIETIM IGIN TAIIMATIAT ..ttt ettt ettt ettt ea ettt ene 21
4.1 Genel
UYARI
Unitenin nasil calistirilmasi gerektigi konusunda emin DEGILSENIZ, montoriiniize
danisin.
UYARI
Bu cihaz, glvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat saglandigi ve

kapsanan tehlikeleri anladiklari taktirde 8 yasinda ve daha blyik cocuklar ve distk
fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun
kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.
Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan ¢ocuklar tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

UYARI

A Elektrik carpmalarini veya yanginlari 6nlemek igin:
= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
= Uniteyi islak elle CALISTIRMAYIN.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE su iceren bir cisim koymayin.

iKAZ

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE ¢ikmayin, oturmayin ve basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:
|

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Urlnlerin ayriimamis evsel atiklarla
KARISTIRILAMAZ  olusudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye
CALISMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler yetkili montor tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri dénlstirme ve kazanim icin 6zel bir isleme
tesisinde ISLENMELIDIR. Bu Griinin dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak,
cevre ve insan sagligl icin olasi olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci
olacaksiniz. Daha fazla bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Piller su simgelerle isaretlenir:

)34

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir.
Sembolln altina bir kimyasal sembol yazilmissa, bu kimyasal sembolin anlami
piller belirli bir konsantrasyon Gzerinde agir metal iceriyor demektir.

Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Kullanilmis piller, yeniden kullanim icin 6zel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.
Atik pillerin dizgln bir bicimde bertaraf edilmesini saglayarak, ¢cevre ve insan
sagligina olasi olumsuz etkilerin dnlenmesine yardimci olabilirsiniz.

4.2 Guvenliisletim icin talimatlar

iKAZ
= Kumandanin dahili parcalarina KESINLIKLE dokunmayin.

= On paneli SOKMEYIN. icerideki bazi parcalara dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz
sorunlari meydana gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin saticiniza
basvurun.

UYARI

Swing kapagi calisirken hava ¢ikisi veya yatay bigaklara ASLA dokunmayin. Parmaklar
kistirilabilir veya Uinite bozulabilir.

iKAZ
Tutstleme tipi bocek ilaci kullanirken sistemi CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite icinde
toplanabilir ve kimyasallara asiri duyarli kimselerin sagligini tehlikeye atabilir.

iKAZ

Vicudunuzu uzun stire hava akimina maruz birakmak sagliga zararlidir.

IKAZ
Yakicili ekipmanlar sistemle ile birlikte kullaniliyorsa, oksijen yetersizliginin 6niine
gecmek icin odayi yeterince havalandirin.

UYARI

Bu Unite elektrikli ve sicak pargalar igerir.

UYARI

Uniteyi calistirmadan &nce, montajin bir montajci tarafindan dogru bir sekilde
gerceklestirildiginden emin olun.

UYARI

Swing kapagi calisirken hava ¢ikisi veya yatay bigaklara ASLA dokunmayin. Parmaklar
kistirilabilir veya Gnite bozulabilir.

> B BB PBPBEBEPBE P

IKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndiigiinde yaralanmaya neden olur.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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IKAZ: Fana dikkat edin!
Fan calisirken tnitede inceleme yapilmasi tehlikelidir.

Herhangi bir bakim goérevini yerine getirmeden 6énce ana salteri KAPATTIGINIZDAN
emin olun.

iIKAZ
Uzun slre kullanimdan sonra Unite standi ve baglantisinda hasar kontrold
gerceklestirin. Hasarli ise, Unite disebilir ve yaralanmaya yol acabilir.

UYARI

Unitede HICBIR ZAMAN kendi basiniza denetleme ya da servis yapmayin. Yetkili bir
servis personelinden bu isi yapmasini isteyin.

UYARI

Bir sigorta yandiginda, sigortayl yanlis amper degerindeki bir sigorta veya diger
tellerle DEGISTIRMEYIN. Tel veya bakir tel kullaniimasi Gnitenin bozulmasina ya da
yangina yol acabilir.

> B BB P

UYARI

* Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol agabileceginden,
kendi basiniza Unite Gzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, ¢iplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma
havasinin  bulundugu bir odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak noktasinin onarildigini
veya dlzeltildigini uzman personele teyit ettirin.

>

UYARI
= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acgik alevler, calisan bir gazli gereg veya
calisan bir elektrikli isitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

UYARI: HAFiF YANICI MADDE
AL
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa (yanik kokusu, vs.) giicii
KAPATIN.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak kirilmaya, elektrik ¢arpmasina
veya yangina yol agabilir. Saticiniza basvurun.

iKAZ
Kiiciik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN hava akisina dogrudan maruz
birakmayin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI

Unite, glivenlik igin bir sogutucu kacak tespit sistemi ile donatilmistir.

Etkili olmasi igin, Unitenin montajdan sonra bakim haric her zaman elektrikle

beslenmesi GEREKIR.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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5 Sistem hakkinda

VRV 5-S, A2L olarak derecelendirilen ve hafif yanici olan R32 sogutucuyu kullanir.
Gelistirilmis sizdirmazlik sogutma sistemleri ve IEC60335-2-40 gerekliliklerine uyum
saglamak icin montajci ekstra dnlemler almalidir. Daha fazla bilgi icin bkz. "3.1 R32
sogutucu kullanan ekipmanlar icin talimatlar" [» 17].

Bu VRV 5-S isi pompasl sisteminin i¢ Unite kismi isitma/sogutma uygulamalari igin
kullanilabilir. Kullanilabilecek ic Gnite tipi dis Unite serisine gore degisir.

Genel olarak asagidaki i¢ Unite tipleri bir VRV isi pompasi sistemine baglanabilir
(liste kapsamli degildir, dis Unite modeli ile ic Unite modeli kombinasyonlarina
baglidir):

= VRV direkt genlesmeli i¢c Uniteler (havadan havaya uygulamalar). Not: RXYSA4~6
Unitelerine bagli i¢ Gniteler icin ¢cok kullanicili secenege izin verilmez.

= EKVDX (havadan havaya uygulamalar): VAM-J8 gereklidir.
= AHU (havadan havaya uygulamalar): EKEXVA kiti ve EKEACBVE kutusu gereklidir.

= Hava perdesi (havadan havaya uygulamalar). Daha fazla bilgi icin veri kitabindaki
kombinasyon tablosuna bakin.

UYARI
" Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol acabileceginden,

kendi basiniza Unite Gzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacgaklari olmasi durumunda, ciplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma
havasinin  bulundugu bir odaya kazara sizdiginda zehirli gaz (Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak noktasinin onarildigini
veya dlzeltildigini uzman personele teyit ettirin.

DIKKAT
Sistemi baska amaclar icin KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybini 6nlemek igin,

Uniteyi hassas cihazlar, gida, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
KULLANMAYIN.

DIKKAT
Sisteminizin ilerideki degisiklikleri veya genisletmeleri igin:

izin verilen kombinasyonlara tam bir genel bakis (ilerideki sistem genisletmeleri igin)
teknik mihendislik verilerinde bulunabilir ve basvurulmasi gerekir. Daha fazla bilgi ve
profesyonel oneri almak igin montajciniza basvurun.

DIKKAT
Yil boyu sogutmanin gerektigi sunucu odalari ve veri merkezleri gibi teknik odalarin

sogutulmasina izin VERILMEZ.

5.1 Sistem montaj plani

. BILGI
l Asagidaki sekil sadece drnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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a
. b } b } b
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a Isi pompasi dig Unitesi
b Sogutucu borulari
¢ VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite
d Normal modda uzaktan kumanda
e Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda
f Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)
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6 Kullanicr arabirimi

iKAZ
= Kumandanin dahili parcalarina KESINLIKLE dokunmayin.

= On paneli SOKMEYIN. icerideki bazi parcalara dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz
sorunlari meydana gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin saticiniza
basvurun.

Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici olmayan bir genel
aciklamasini sunar.

Belirli fonksiyonlari gerceklestirmek icin gerekli olan eylemler hakkinda ayrintili bilgi
ic Unitenin kullanima 6zel montaj ve kullanim kilavuzunda bulunabilir.

Kurulu olan kullanici arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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v

Isletim

Bu bolimde

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

ISIETIM BNCESINAE ...ttt
Calisma araligi

Sistemin galistiriimasi

731 Sistemin calistirilmasi hakkinda ......

7.3.2 Sogutma, I1sitma, yalniz fan ve otomatik isletim hakkinda .

7.33 Isitma isletimi hakkinda

7.3.4 Sistemi galistirmak igin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gegis anahtari OLMADAN)..

7.3.5 Sistemi calistirmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gegis anahtari ILE)

Kurutma programinin kullaniimasi

7.4.1 Kurutma programi hakkinda

7.4.2 Kurutma programini kullanmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gegcis anahtari OLMADAN) .................
743 Kurutma programini kullanmak igin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gegis anahtari ILE) ..........cccooovrrnriinne

Hava akis yoninun ayarlanmasi
751 Hava akis kapagi hakkinda ...
Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi

7.6.1 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi hakkinda

7.6.2 Ana kullanici arabirimini belirlemek igin

7.1 lIsletim 6ncesinde

UYARI

Bu Unite elektrikli ve sicak parcalar icerir.

UYARI

Uniteyi calistirmadan énce, montajin bir montajci tarafindan dogru bir sekilde
gerceklestirildiginden emin olun.

UYARI

Unite, glivenlik icin bir sogutucu kacak tespit sistemi ile donatiimistir.

Etkili olmasi icin, Unitenin montajdan sonra bakim haric her zaman elektrikle
beslenmesi GEREKIR.

iKAZ
= Kumandanin dahili parcalarina KESINLIKLE dokunmayin.

= On paneli SOKMEYIN. icerideki bazi parcalara dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz
sorunlari meydana gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin saticiniza
basvurun.

iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndiigiinde yaralanmaya neden olur.

@B B B P

DIKKAT

Unitede HICBIR ZAMAN kendi basiniza denetleme ya da servis yapmayin. Yetkili bir
servis personelinden bu isi yapmasini isteyin.

Bu kullanim kilavuzu asagidaki standart kumandali sistemler icindir. Calistirmaya
baslamadan dnce, sizin sistem tip ve modelinize uyan isletim icin saticinizla temas
kurun. Sayet kurulumunuzda istege uyarlanmis bir kontrol sistemi mevcutsa,
saticinizdan sisteminize uyan isletimi isteyin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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isletim modlari (i Gnite tipine bagli olarak):
= Isitma ve sogutma (havadan havaya).
= Yalniz fan isletimi (havadan havaya).

ic Unite tipine bagli olarak kullanima &ézel fonksiyonlar mevcuttur, daha fazla bilgi
icin kullanima 6zel montaj/kullanim kilavuzuna bakin.

7.2 Calisma araligl

Emniyetli ve etkin calismasi icin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem sinirlarinda

kullanin.
Sogutma Isitma
Dis sicaklik -5~46°C DB —-20~21°C DB
-20~15,5°C WB
ic sicaklik 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
ic nem <%80"

@ Yogusmayi ve Uniteden disari su damlamasini énlemek icin. Sicaklik veya nem bu kosullarin
otesinde ise, emniyet cihazlari devreye sokulabilir ve klima ¢alismayabilir.

Yukaridaki calisma sahasi sadece VRV 5-S sistemine direkt genlesmeli i¢c Unitelerin
bagli olmasi durumunda gecerlidir.

AHU kullanilmasi halinde 6zel calisma sahalari gecerlidir. Bunlar kullanima 6zel
Unitenin montaj/kullanim kilavuzunda bulunabilir. Teknik muhendislik verilerinde
en son bilgiler bulunabilir.

7.3 Sistemin ¢alistiriimasi

7.3.1 Sistemin ¢alistiriimasi hakkinda

= isletim prosediirti dis Ginite ve kullanici arabirimi kombinasyonuna gore degisir.
= Uniteyi korumak icin, calistirmadan 6 saat &nce ana gii¢ anahtarini acin.

= isletim sirasinda ana glic beslemesi kesilirse, giic geri geldiginde isletim otomatik
olarak tekrar baslayacaktir.

7.3.2 Sogutma, Isitma, yalniz fan ve otomatik isletim hakkinda

= Ekrani "gecis, merkezi kumandanin yonetiminde" gosteren bir kullanici
arabirimi ile gecis yapilamaz (kullanici arabiriminin montaj ve kullanim kilavuzuna
bakin).

. "gecis, merkezi kumandanin yonetiminde" ekrani yanip sondiginde bkz.
"7.6.1 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi hakkinda" [» 32].

= Isitma isletimi durduktan sonra yaklasik 1 dakika boyunca fan calismaya devam
edebilir.

= Oda sicakligina bagh olarak hava akis hizi kendini ayarlayabilir veya fan hemen
durabilir. Bu bir ariza degildir.

7.3.3 Isitma isletimi hakkinda

Genel 1sitma isletimi icin ayarlanan sicakliga ulasmak sogutma isletimine gore daha
uzun sUrebilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Isitma kapasitesinin dismesini veya soguk hava Uflemesini dnlemek icin asagidaki
islem gercgeklestirilir.

Buz ¢cozme isletimi

Isitma isletiminde, dis Unitenin hava sogutmali serpantinindeki donma zamanla
artarak dis Unitenin serpantinine yapilan enerji transferini kisitlar. Isitma yetenegi
duser ve dis Unitenin serpantininden buzu c¢dzmek icin sistemin buz ¢dzme
isletimine girmesi gerekir. Buz c¢ozme isletimi sirasinda, buz c¢bzme islemi
tamamlanana kadar i¢ Unite tarafindaki isitma kapasitesi gecici olarak disecektir.
Buz ¢dzme isleminden sonra Unite tam kapasitesine yeniden ulasacaktir.

ic Unite fan isletimini durduracak, sogutucu cevrimi tersine dénecek ve bina icinden
gelen enerji dis Unite serpantininin buzunu ¢6zmede kullanilacaktir.

ic Uinite ekranda buz ¢ézme isletimini gosterecektir EI8H.

Sicak baslangig

Isitma isletiminin basinda i¢ Uniteden soguk hava Uflenmesini dnlemek icin i¢ fan
otomatik olarak durdurulur. Kullanici ara biriminin ekrani B8 gosterir. Fanin
baslamasi biraz zaman alabilir. Bu bir ariza degildir.

o BILGI

l = Dis sicaklik dustugiinde i1sitma kapasitesi diser. Bu olursa, Unite ile birlikte baska
bir 1sitma cihazi kullanin. (agik ates Ureten gereglerle birlikte kullanirken odayi
strekli havalandirin). Acik ates Ureten geregleri, Uniteden gelen hava akisina
maruz kalan yerlere ya da Unitenin altina yerlestirmeyin.

= Unite, odanin tamamini isitmak igin sicak hava sirkiilasyon sistemi kullandigindan,
Unitenin baslatilmasindan itibaren odanin isitilmasi biraz zaman alir.

= Sicak hava, zemin Uzerindeki alani soguk birakarak tavana yiikselirse, devir ettirici
(havayi devir ettirmek icin i¢c fan) kullanmanizi éneririz. Ayrintilar icin saticinizla
temas kurun.

7.3.4 Sistemi calistirmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari OLMADAN)

1 Kullanici arabirimi Gzerindeki isletim modu segcme butonuna birkag¢ kez basin
ve istediginiz isletim modunu segin.

# Sogutma isletimi
& [sitma isletimi
@ Yalniz fan isletimi
2 Kullanici arabirimi Gzerindeki ACIK/KAPALI butonuna basin.

Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

7.3.5 Sistemi calistirmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari iLE)

Uzaktan kumanda gecis anahtarina genel bakis

a  YALNIZ FAN/KLIMA SECICi ANAHTARI

Yalniz fan devrede isletim icin anahtari @
durumuna ya da Isitma veya sogutma isletimi
icin ® durumuna getirin.

b SOGUTMA/ISITMA GECIS ANAHTARI

Sogutma icin anahtari ® durumuna ya da
Isitma icin 38 durumuna getirin

1@ -

j

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
29



7 | isletim

Not: Sogutma/isitma gecisi uzaktan kumanda anahtari kullanilmasi durumunda,
ana PCB Uzerindeki DIP anahtari 1 (DS1-1) ACIK konuma getirilmesi gerekir.

Baslatmak icin
1 isletim modunu, sogutma/isitma gecis anahtari ile asagidaki gibi secin:

Sogutma isletimi Isitma isletimi Yalniz fan igletimi

2 Kullanici arabirimi Gzerindeki ACIK/KAPALI butonuna basin.

Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

Durdurmak igin
3 Kullanici arabirimi tizerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez daha basin.

Sonug: Calisma lambasi soner ve sistem calismayi durdurur.

DIiKKAT
Unite durduktan sonra giici hemen kapatmayin, en az 5 dakika bekleyin.

Ayar yapmak igin

Sicakhgi, fan hizini ve hava akis yonini programlamak icin kullanici arabirminin
kullanim kilavuzuna bakin.

7.4 Kurutma programinin kullaniimasi

7.4.1 Kurutma programi hakkinda
= Bu programin islevi, en az sicaklik disist (en az oda sogutmasi) ile odanizdaki
nemi azaltmaktir.

= Mikrobilgisayar otomatik olarak sicaklik ve fan hizini belirler (kullanici arabirimi ile
ayarlanamaz).

= Oda sicakhgi dustkse (<20°C) sistem isletime gecmez.

7.4.2 Kurutma programini kullanmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari

OLMADAN)
Baslatmak icin
1 Kullanici arabirimi Gzerindeki isletim modu segme butonuna birkag kez basin
ve B (programli kurutma isletimi) secimin yapin.
2 Kullanici arabiriminin ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem galismaya baslar.
Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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3 Hava akis yonU ayarlama butonuna basin (yalniz ikili akis, coklu akis, kose,
tavandan asili ve duvara monteli icin). Ayrintilar icin bkz. "7.5 Hava akis
yonunun ayarlanmasi” [» 31].

Durdurmak igin
4 Kullanicr arabirimi Gzerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez daha basin.

Sonug: Calisma lambasi soner ve sistem calismayi durdurur.

DIKKAT
Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5 dakika bekleyin.

7.4.3 Kurutma programini kullanmak icin (sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari iLE)

Baslatmak icin

1 Sogutma isletim modunu, sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari ile
segin.

~

2 Kullanicr arabirimi Gzerindeki isletim modu segme butonuna birkac kez basin
ve B (programli kurutma isletimi) secimin yapin.

3 Kullanici arabiriminin ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

4 Hava akis yonU ayarlama butonuna basin (yalniz ikili akis, coklu akis, kose,
tavandan asili ve duvara monteli i¢in). Ayrintilar icin bkz. "7.5 Hava akis
yonunun ayarlanmasi" [» 31].

Durdurmak igin

5 Kullanici arabirimi Gizerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez daha basin.

Sonug: Calisma lambasi soner ve sistem calismayi durdurur.

DIKKAT
Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5 dakika bekleyin.

7.5 Hava akis yoninun ayarlanmasi

Kullanicr arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

7.5.1 Hava akis kapagi hakkinda

= ikili akis + coklu akis tniteleri
WEAVIVEN e ;
q Duvara monteli Uniteler
—
\WARY
RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Asagidaki durumlar icin bir mikrobilgisayar hava akis yonine kumanda eder, bu
ekrandakinden farkli olabilir.

Sogutma Isitma

= Oda sicakhigr ayarlanan sicakliktan | = isletimi baslatirken.

daha distk oldugunda. = Oda sicakhigl ayarlanan sicakliktan
daha yiksek oldugunda.

= Buz ¢c6zme isleminde.

= Yatay hava akis yoninde sirekli isletimde iken.

= Tavana aslili veya duvara monteli bir Gnite ile sogutma zamaninda asagl dogru
hava akisiyla strekli isletim yapildiginda, mikro bilgisayar akis yonine kumanda
edebilir ve ardindan kullanici arabirimi gdsterimi de degisecektir.

Hava akis yoni asagidaki yontemlerden biriyle ayarlanabilir:
= Hava akis kapaginin kendisi pozisyonunu ayarlar.
= Hava akis yoni kullanici tarafindan tespit edilebilir.

-
= Otomatik \/ ve istenen pozisyon /.

UYARI
Swing kapagi calisirken hava cikisi veya yatay bicaklara ASLA dokunmayin. Parmaklar

kistirilabilir veya Unite bozulabilir.

DIKKAT
= Kapagin hareket siniri degistirilebilir. Ayrintilar igin saticinizla temas kurun. (yalniz

ikili akis, coklu akis, kose, tavandan asili ve duvara monteli igin).

® Yatay yonde w--= isletimden kaginin. Tavanda veya kapakta ¢iy veya toz
¢okmesine neden olabilir.

7.6 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi

7.6.1 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi hakkinda

. BILGI
l Asagidaki sekil sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

Isi pompasi dis Unitesi

Sogutucu borular

VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Gnite

Normal modda uzaktan kumanda

Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda

Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)

-0 QS n T QO

Sistem yukaridaki sekilde gosterildigi gibi kuruldugunda, kullanici arabirimlerinden
birinin ana kullanici arabirimi olarak belirlenmesi gerekir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Bagimhi kullanici arabirimlerinin ekranlari (gecis, merkezi kumandanin
yonetiminde) gosterir ve bagimli kullanici arabirimleri otomatik olarak ana kullanici
arabirimi tarafindan yonetilen isletim modunu izler.

Isitma veya sogutma modunu sadece ana kullanici arabirimi secebilir (sogutma/
Isitma ana ayart).

7.6.2 Ana kullanicr arabirimini belirlemek igin

1 Gegerli ana kullanici arabiriminin isletim modu secici digmesine 4 saniye
streyle basin. Bu prosedirin hentz gerceklestiriimemis olmasi halinde,
prosedur calistirilan birinci kullanici arabirimi Gzerinde gercgeklestirilebilir.

Sonug: (gecis, merkezi kumandanin yonetiminde) gosteren ayni dis
Uniteye bagli olan tim bagimli kullanici arabirimlerinin ekranlari yanip séner.

2 Ana kullanici arabirimi olarak atamak istediginiz kumandanin isletim modu
secici digmesine basin.

Sonug: Atama tamamlanmistir. Bu kullanici arabirimi, ana kullanici arabirimi
olarak atanmistir ve (gecis, merkezi kumandanin yonetiminde) gosteren
ekran kaybolur. Diger kullanici arabirimlerinin ekranlari (gecis, merkezi
kumandanin yonetiminde) gosterir.

Kullanicr arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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8 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak icin asagidaki dnlemlere uyun.

= Hava cikisini dogru bir sekilde ayarlayin ve odada yasayanlara dogrudan hava
akisina imkan tanimayin.

= Konforlu bir ortam icin oda sicakhgini dogru bir sekilde ayarlayin. Asiri 1sitma veya
sogutmadan kaginin.

= Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya glneslikler kullanarak odaya direk
glines 15181 girisini dnleyin.

= Sik stk havalandirin. Uzun sdreli kullanim havalandirmaya 6zel 6nem verilmesini
gerektirir.

= Kapli ve pencereleri kapal tutun. Kapi ve pencereler acgik kalirsa, hava odanizdan
disari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin azalmasina neden olacaktir.

= Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu igin
sicaklik ayarini orta kararda tutun.

= HICBIR ZAMAN (nitenin hava girisi veya hava cikisi yakinina cisimler
yerlestirmeyin. Bunu yapmak, i1sitma/sogutma etkisini azaltabilir veya isletimi
durdurabilir.

= Unite uzun sire kullanilmadiginda, (initeye ana glic girisi salterini kapatin. Salter
acik kalirsa, elektrik tiketimi olur. Uniteyi yeniden baslatmadan énce, diizgiin
calismayi garantilemek icin ana giic girisi salterini isletimden 6 saat énce acin. (i¢
Unite kilavuzundaki "Bakim" bolimune bakin.)

« Ekran & (hava filtresini temizleme zamani) gosterdigi zaman, yetkili bir servis
personelinden filtreleri temizlemesini isteyin. (i¢c tnite kilavuzundaki "Bakim"
bolimuine bakin.)

= ic Uniteyi ve kullanici arabirimini televizyonlar, radyolar, mizik setleri ve diger
benzer cihazlardan en az 1 m uzakta tutun. Bunun yapilmamasi parazit veya
resim bozulmasina yol acabilir.

= Sudan zarar gorebileceklerinden i¢ Unitenin altina esya KOYMAYIN.
= Nem %80'in Uzerinde veya drenaj ¢ikisl tikanmissa yogusma olusabilir.

Bu I1sI pompa sistemi ileri enerji tasarruf islevselligi ile donatiimistir. Oncelige bagli
olarak, eneriji tasarrufuna veya konfor diizeyine 6nem verilebilir. Birka¢ parametre
secilebilir, boylece eldeki uygulama icin enerji tiketimi ile konfor arasinda optimum
bir denge sonucu saglanir.

Birkac diizen kullanilabilir ve asagida genel hatlariyla aciklanmistir. Oneri veya
parametreleri binanizin ihtiyaclarina gére degistirmek icin montajciniza basvurun.

Montaj kilavuzunda montajci igin ayrintili bilgi verilmistir. Enerji tasarrufu ile konfor
arasinda en iyi dengeyi gerceklestirmek amaciyla size yardimci olabilir.

Bu bdlimde
8.1 Kullanilabilir ana isletim yONTEMIETT ......c.oiiiiiiieee ettt ettt ettt 35
8.2 IMEVCUL KONFOT @YAITATT ...ttt 35

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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8.1 Kullanilabilir ana isletim yontemleri

Temel

Sogutucu sicakhgl durumdan bagimsiz olarak sabittir.

Otomatik

Sogutucu sicakligl dis ortam kosullarina bagh olarak ayarlanir. Bu itibarla sogutucu
sicakhgl gerekli yiki karsilayacak sekilde ayarlanir (bu ayni zamanda dis ortam
kosullariyla ilgilidir).

Orn., sisteminiz sogutmada calisirken, disiik dis ortam sicakliklarinda (6rn., 25°C)
yUksek dis ortam sicakliklarindaki (6rn., 35°C) kadar sogutma ihtiyaciniz olmaz. Bu
goristen hareketle, sistem otomatik olarak sogutucu sicakligini artirmaya baslar,
otomatik olarak saglanan kapasiteyi azaltir ve sistemin verimliligini artirir.

Yiiksek duyarli/ekonomik (sogutma/isitma)

Sogutucu sicakligi temel isletime nazaran daha yiksek/daha disik (sogutma/
Isitma) avyarlanir. Yiksek duyarli mod altindaki odak noktasi musterinin konfor
hissidir.

ic Unitelerin secim yontemi onemlidir ve kullanilabilir kapasitenin temel isletim
altindaki ile ayni olmayacagi seklinde kabul edilmelidir.

Yiksek- duyarl uygulamalarla ilgili ayrintilar icin montajciniza basvurun.

8.2 Mevcut konfor ayarlari

Yukaridaki modlarin her biri icin bir konfor seviyesi secilebilir. Konfor seviyesi
zamanlama ve talep edilen kosullara daha hizli erismek icin gecici olarak sogutucu
sicakligini farkli degerlere degistirerek belirli bir oda sicakligini elde etmekte
harcanan eforla (enerji tiketimi) iliskilidir.

= Glglu

= Hizli

= Mutedil
= Eko

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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9 Bakim ve servis

Urinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

TUum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer almaktadir.

Tum vyetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanhk tarafindan olusturulan Servis Bilgi
Sisteminde yer almaktadir.

Bu bolimde
9.1 Bakim Ve SEIVIS IGIN ONIEMIET ...ttt ettt s ettt s e et 36
9.2 Sogutucu hakkinda .............. .. 36
9.3 Satis sonrasi servis. 37
9.3.1 Onerilen bakim ve muayene............. . 37
9.3.2 Onerilen bakim ve muayene periyotlari . 38
933 Kisaltiimis bakim ve yenileme PeriyOtIars .. ..ot 38

9.1 Bakim ve servis icin dnlemler

iKAZ
Tam ilgili glvenlik talimatlarini  6grenmek icin bkz. "4 Kullanici givenlik

talimatlan" [» 20].

DIKKAT
Unitede HICBIR ZAMAN kendi basiniza denetleme ya da servis yapmayin. Yetkili bir

servis personelinden bu isi yapmasini isteyin.

DIKKAT
Kumandanin isletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren toz bezi, vs. ile SILMEYIN.

Panel rengini kaybedebilir ya da kaplamasi kalkabilir. Eger agir bicimde kirlenmisse,
suyla seyreltilmis noétral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip paneli silerek
temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

9.2 Sogutucu hakkinda

Bu Urlin florlu sera gazlari icerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32
Kiresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675

ilgili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kacaklarinin kontrol edilmesi
gerekebilir. Daha fazla bilgi icin montajcinizla temas kurun.

UYARI: HAFIF YANICI MADDE
meL ot T
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI
= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti

YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

= Tum alevli isitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticlyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigl kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar tniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gerec veya
calisan bir elektrikli isitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

UYARI
= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

DIiKKAT
Florlu sera gazlari ile ilgili olarak yirurlikte olan mevzuat, Gnitenin sogutucu akiskan

sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak gosterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi igin kullanilacak formiil: Sogutucu
akiskanin GWP degeri x toplam sogutucu akiskan sarji [kg]/1000

Daha fazla bilgi icin montérinuzle iletisime gegin.

9.3 Satis sonrasi servis

9.3.1 Onerilen bakim ve muayene

Birka¢c yil kullanildiktan sonra Unitede toz birikeceginden dolayl, Unitenin
performansinda belirli bir disis gozlenecektir. Sokilmesi ve Unitelerin icinin
temizlenmesi teknik uzmanlk gerektirdigi ve Unitelerinizin en iyi bakim durumunun
temini i¢in, normal bakim faaliyetlerine ilaveten bir bakim ve muayene s6zlesmesi
imzalamanizi éneririz. Unitenizi mimkin oldugunca Gziin sire calisir durumda
korumak Uzere satici agimizin zaruri elemanlarin strekli bir stokuna erisimi vardir.
Daha fazla bilgi icin saticinizla temas kurun.

Saticinizdan bir miidahale istediginizde daima sunlari belirtin:

= Unitenin tam model ismi.
= imalat numarasi (iinitenin plakasi Gzerinde belirtilir).
= Kurulum tarihi.

= Belirtiler veya ariza ve hatanin ayrintilari.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI
* Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol agabileceginden,

kendi basiniza Unite Gzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, ¢iplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma
havasinin  bulundugu bir odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak noktasinin onarildigini
veya dlzeltildigini uzman personele teyit ettirin.

9.3.2 Onerilen bakim ve muayene periyotlar

Bahsedilen bakim ve degistirme periyotlarinin, elemanlarin garanti siresi ile ilgili
olmadigina dikkat edin.

Eleman Muayene |Bakim periyodu (degistirmeler
periyodu ve/veya onarimlar)

Elektrik motoru 1yl 20.000 saat
Baski devre karti 25.000 saat
Isi esanjori 5 yil

Sensor (termistor, vs.) 5 il

Kullanici arabirimi ve anahtarlar 25.000 saat
Drenaj tavasi 8 yil

Genlesme valfi 20.000 saat
Solenoit vana 20.000 saat

Tablo asagidaki kullanim sartlarini kabul etmektedir:

= Unitenin sik sik acilip kapatilmadan normal kullanimi. Modele bagh olarak,
makinenin 6 sefer/saatten fazla acilip kapatilmamasini tavsiye ederiz.

= Unitenin calisma saatleri 10 saat/giin ve 2.500 saat/yil olarak kabul edilmistir.

DIiKKAT
® Tablo ana parcalari gostermektedir. Daha fazla ayrinti igin bakim ve muayene

sozlesmenize bakin.

® Tablo, bakim periyotlarinin énerilen araliklarini gostermektedir. Bununla birlikte,
Unitenin mdmkun oldugu kadar uzun sire galisir durumda korunmasi icin daha
kisa strede bakim islemi gerekebilir. Onerilen araliklar, bakim ve muayene
Ucretlerinin bltcelenmesi agisindan uygun bakim planlamasi igin kullanilabilir.
Bakim ve muayene sozlesmesinin icerigine bagli olarak, muayene ve bakim
periyotlari gercekte belirtilenden daha kisa olabilir.

9.3.3 Kisaltilmis bakim ve yenileme periyotlari
"Bakim periyodu" ve "degistirme periyodu" kisaltiimasi asagidaki durumlarda
dikkate alinmalidir:
Unite su yerlerde kullanildiginda:

= |s| ve nemin olagandisi dalgalandigi yerler.

= GUc¢ dalgalanmasinin yiksek oldugu yerler (voltaj, frekans, dalga carpilimi, vs.)
(gl dalgalanmasi izin verilen sinirlar disinda ise Unite kullanilamaz).

= Carpma ve titresimlerin sik sik oldugu yerler.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Havada toz, tuz, zararli gaz veya kakurtli asit ve hidrojen silfit gibi yag

bugusunun bulunabilecegi yerler.

= Makinenin sik sik calistirilip durduruldugu veya isletim stresinin uzun oldugu
yerler (24 saat havalandirma yapilan yerler).

Asinan parcalarin dnerilen degistirme periyotlar

Eleman Muayene | Bakim periyodu (degistirmeler
periyodu ve/veya onarimlar)
Hava filtresi 1yl 5 il
Yiksek verimli filtre 1yl
Sigorta 10 yil
Karter isiticisi 8 yil

Basing iceren parcalar

Korozyon olmasi halinde, yerel
saticinizla irtibat kurun.

DIKKAT
® Tablo ana parcalari gostermektedir. Daha fazla ayrinti igin bakim ve muayene

sozlesmenize bakin.

® Tablo, yenileme periyotlarinin o6nerilen araliklarini goéstermektedir. Bununla
birlikte, Gnitenin mimkin oldugu kadar uzun sire galisir durumda korunmasi igin
daha kisa siirede bakim islemi gerekebilir. Onerilen araliklar, bakim ve muayene
Ucretlerinin bltcelenmesi agisindan uygun bakim planlamasi icin kullanilabilir.

Ayrintilar igin saticinizla temas kurun.

BiLGi

i @

Yetkili saticilarimiz disindaki baska biri tarafindan Unitelerin parcalarina ayrilmasi veya
i¢ kisimlarinin temizlenmesinden dolayi olusan hasar garanti kapsamina alinamaz.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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10 Sorun giderme

Asagidaki arizalardan biri meydana geldiginde asagida gosterilen 6nlemleri alin ve

saticinizla temas kurun.

KAPATIN.

UYARI
isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa (yanik kokusu, vs.) giicii

Boyle durumlarda Uniteyi galisir durumda birakmak kirilmaya, elektrik ¢arpmasina
veya yangina yol agabilir. Saticiniza basvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza

Onlem

CALISMADIGINDA.

Sigorta, kesici veya toprak kacag kesicisi gibi bir | Ana glic anahtarini KAPATIN.
emniyet cihazi sik sik devreye girdiginde veya
ACMA/KAPAMA anahtari diizglin

isletim diigmesi iyi CALISMIYOR. GUg¢ beslemesini KAPATIN.

ariza kodu gorinuyorsa.

Eger kullanici arabirim ekrani Gnite numarasini | Montajciniza haber verin ve
gosteriyor, isletim lambasi yanip sonltyor ve ariza kodunu bildirin.

Yukarida bahsedilen durumlar disinda sistem dogru calismiyor ve vyukarida
bahsedilen hicbir ariza YOKSA, asagidaki prosedtrlere gore sistemi inceleyin.

Ariza

Onlem

Sogutucu kacagl olursa
(hata kodu Ag/cH)

islemler sistem tarafindan yapilacaktir. Glc
beslemesini KAPATMAYIN.

Montajciniza haber verin ve ariza kodunu bildirin.

Unite hig calismiyorsa.

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. isletim sirasinda
elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden calisir.

Sigortalarin  yanik olmadigini  veya kesicilerin
devreye girmedigini kontrol edin. Gerekirse
sigortayi degistirin veya kesiciyi sifirlayin.

Sistem yalniz fan isletimine
giriyor ancak i1sitma veya
sogutma isletimine girer
girmez sistem duruyorsa.

Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
engelle tikanmis olmadigini kontrol edin. Engelleri
kaldirin  ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

Kullanici arabirimi ana ekraninda gosterilip

gosterilmedigini kontrol edin. i¢ Gnite ile birlikte
verilen montaj ve kullanim kilavuzuna bakin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Ariza Onlem

yetersiz.

sogutma veya Isitma

Sistem calisiyor ancak = Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
engelle tikanmis olmadigini kontrol edin. Engelleri
kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden

emin olun.

(ic tnite kilavuzundaki "Bakim" bélimine bakin).
= Sicaklik ayarini kontrol edin.

kontrol edin.

pencereleri kapatin.

asiri olup olmadigini kontrol edin.
edin. Perdeler veya giineslikler kullanin.

edin.

= Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin

= Kullanici arabiriminiz Gzerindeki fan hizi ayarini

= Acik kapr veya pencereler var mi kontrol edin.
Rlzgarin iceri girmesini onlemek icin kapilari ve

= Sogutma isletimi sirasinda odada c¢ok fazla insan
olup olmadigini kontrol edin. Odanin isi kaynaginin

= Odaya direk giines isiginin girip girmedigini kontrol

= Hava akis yonunin dogru olup olmadigini kontrol

Yukaridaki

maddelerin  tamamini  kontrol ettikten sonra, problemi kendi
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Gnitenin tam model
ismini (mUmklnse imalat numarasi ile birlikte) bildirin.

niz

Bu bdlimde

10.1 Hata KOQIArT: GENEI BAKIS. .. ..otttk ettt s ke s ettt s ettt en et ean 42
10.2  Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler.... 44
10.2.1  Belirti: Sistem galismiyor.. 44
10.2.2  Belirti: Sogutma/Isitma gecisi yapilamiyor 44
10.2.3  Belirti: Fan isletimi mumkindur ancak sogutma ve 1sitma galismaz 44
10.2.4  Belirti: Fan hizi, ayar degerine karsilik gelmiyor 44
10.2.5  Belirti: Fan yona ayar ile uyusmuyor 44
10.2.6  Belirti: Bir Gniteden (i¢ Gnite) beyaz bugu cikiyor 44
10.2.7  Belirti: Bir Giniteden (ic tnite, dis Unite) beyaz bugu cikiyor .. 45

10.2.8  Belirti: Kullanici arabirimi Gzerinde "U4" veya "US" gortuintilenir ve ¢alisma durur ancak ardindan birkag
dakika SONTA tEKIAr DASIAI......iuiiiti ettt 45
10.2.9  Belirti: Klimalarin giriiltisi (ig tnite) 45
10.2.10  Belirti: Klimalarin giiriltisi (i¢ Gnite, dis Unite). 45
10.2.11 Belirti: Klimalarin guraltisa (Dis tnite) 45
10.2.12  Belirti: Uniteden toz ¢ikiyor 45
10.2.13  Belirti: Uniteler koku salabilir... 45
10.2.14  Belirti: Dig tinite fani dénmiyor 45
10.2.15 Belirti: Kisa bir isitma isletiminden sonra dis Gnitedeki kompresor durmuyor, 46
10.2.16  Belirti: Unite durdugunda bile dis Unitenin igi sicak 46
10.2.17 Belirti: i¢ Unite durduruldugunda sicak hava hissediliyor... 46
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10.1 Hata kodlari: Genel Bakis

ic Unite kullanici arabirim ekraninda bir ariza kodunun gériinmesi durumunda,
montajcinizla temas kurun ve ariza kodu, Unite tipi ve seri numarasi (bu bilgileri
Unitenin isim plakasi Gzerinde bulabilirsiniz) bilgilerini verin.

Referans amaciyla ariza kodlarinin bir listesi verilmistir. Ariza kodunun seviyesine
bagli olarak ACIK/KAPALI butonuna basarak kodu sifirlayabilirsiniz. Olmuyorsa,
tavsiye icin montajciniza danisin.

Ana kod icerigi
A0 Harici koruma cihazi etkinlestirilmis
AO- 11 ic tinitelerden birindeki R32 senséri bir sogutucu kacagi tespit
etti®
AG/CH Guvenlik sistemi hatas (kacak tespiti)®
! EEPROM arizasi (ig)
A3 Drenaj sistemi arizasi (ic)
AE Fan motoru arizasi (ig)
a7 iki tarafa acilir kapagin motor arizasi (ic)
A9 Genlesme vanasi arizasi (ig)
Ar Drenaj arizasl (i¢ Unite)
AH Filtre toz haznesi arizasi (ic)
A Kapasite ayari arizasi (ic)
g Ana PCB ile alt PCB arasinda iletim arizasi (ic)
Il Isi esanjorl termistdr arizasi (ig; sivi)
£5 Isi esanjorl termistor arizasi (ic; gaz)
£ Emme havasi termistor arizasi (ic)
cR Bosaltma havasi termistor arizasi (i)
ce Hareket detektori veya zemin sicaklik sensori arizasi (dis)
cH-0 ic Unitelerden birinde R32 sensér arizasi®
CH-02 ic Unitelerden birinde R32 sensérii kullanim émri sonu®
CH-05 ic Unitelerden birinde R32 sensori kullanim émri sonuna 6 ay
kalmis®
CH- 10 ic Unitelerden birinden R32 sensér degistirme onayi bekleniyor®®
i Kullanicr arabirimi termistor arizasi (ig)
£ PCB arizasi (dis)
E3 Yiksek basing anahtari harekete gecirilmis
=L Alcak basing arizasi (dis)
ES Kompresor kilit algilamasi (dis)
£7 Fan motoru arizasi (dis)
£q Elektronik genlesme valfi arizasi (dis)
F3 Bosaltma sicakligi arizasi (dis)
Fy Anormal emme sicakhgi (dis)

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Ana kod icerigi
F& Sogutucu asiri sarj algilamasi
H3 Yiksek basing anahtari arizasi
HT Fan motoru sorunu (dis)
He Ortam sicaklik sensord arizasi (dis)
i Basing sensord arizasl
= Akim sensori arizasi
e Bosaltma sicaklik sensori arizasi (dis)
5 Emme sicaklik sensora arizasi (dis)
5 Buz ¢ozme sicaklik sensorl arizasi (dis)
27 Sivi sicaklik sensord (asirt sogutma HE sonrasi) arizasi (dis)
29 Gaz sicaklik sensori (asirt sogutma HE sonrasi) arizasi (dis)
A Yiksek basing sensori arizasi (SINPH)
Jr Alcak basing sensori arizasi (SINPL)
L INV PCB'si anormal
Ly Kanat sicakligi anormal
LS inverter PCB'si arizali
L5 Kompresor asiri akim algilamasi
L9 Kompresor kilidi (kalkis)
L Kesme PCB'si iletiminde sorun veya baglanti kesilmesi
= INV dengesiz glic besleme gerilimi
Py Kanat termistor arizasi
P Kapasite ayari arizasi (dis)
Lo Anormal algak basing disUsd, arizali genlesme valfi
ue INV voltaji gl yetersizligi
U3 Sistem test calistirmasi henliz gerceklestirilmemis (sistem isletimi
muimkin degil)
Ly Kablo baglantisi hatali i¢/dis
ug Anormal kullanici arabirimi - ic iletisim
g Anormal ana-alt kullanici arabirimi iletisimi
ug Sistem uyumsuzlugu. Yanlis tipte ic Uniteler kombine edilmis. i¢
Unite arizasi.
LA ic Gniteler Gizerinde baglanti arizasi veya tip uyusmazlig
UA-55 Sistem kilidi
LA-55 Yedekleme PCB'si hatasi
Ue-57 Harici havalandirma giris hatasi
uc Merkezi adres yinelemesi
LE Merkezi kontrol cihazinda iletisim arizasi - i¢ Unite
LF Otomatik adres arizasi (tutarsizlik)

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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Ana kod icerigi

LIH Otomatik adres arizasi (tutarsizlk)

@ Hata kodu yalnizca hatanin olustugu ic Gnitenin kullanici arabiriminde gésterilir.

10.2 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler

Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

10.2.1 Belirti: Sistem calismiyor

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA digmesine basildiktan hemen sonra
klima calismiyor. isletim lambasi vyaniyorsa, sistem normal durumdadir.
Kompresdr motorunun asiri yiklenmesini dnlemek igin, kapatildiktan hemen
sonra tekrar acilirsa klima 5 dakika sonra calismaya baslar. Ayni baslangic
gecikmesi, isletim modu secici digmesi kullanildiktan sonra da olur.

= Kullanici arabirimi Gzerinde "Merkezi Kontrol Altinda" gorUntllenirse, isletim
digmesine basilmasi ekran gorintisinin birkag saniye yanip sdnmesine neden
olur. Yanip sénen ekran kullanicr arabiriminin kullanilamayacagini gosterir.

= GlU¢ beslemesi acildiktan hemen sonra sistem calismaya baslamiyor.
Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar bir dakika bekleyin.

10.2.2 Belirti: Sogutma/Isitma gegisi yapilamiyor

= Ekran (gecis, merkezi kumandanin yonetiminde) gosterdiginde, bunun
bagimli bir kullanicr arabirimi oldugunu gosterir.

= Sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari takili oldugunda ve ekran
(gecis, merkezi kumandanin yonetiminde) gosterdiginde bunun nedeni sogutma/
Isitma gecisine, sogutma/isitma uzaktan kumanda gecis anahtari tarafindan
kumanda edilmesidir. Uzaktan kumanda anahtarinin nerede takili oldugunu
saticiniza sorun.

10.2.3 Belirti: Fan isletimi mimkindudr ancak sogutma ve I1sitma calismaz

GUg acildiktan hemen sonra. Mikrobilgisayar calismaya hazirlaniyor ve i¢ Unite(ler)
ile bir iletisim kontrolli gerceklestiriyor. Bu islem tamamlanincaya kadar litfen
maksimum 12 dakika bekleyin.

10.2.4 Belirti: Fan hizi, ayar degerine karsilik gelmiyor

Fan hizi ayar digmesine basilsa bile fan hizi degismiyor. Isitma isletimi sirasinda,
oda sicakligr ayar sicakligina ulastiginda, dis Unite kapanir i¢ Unite sessiz fan hizina
gecer. Bu, odada bulunanlarin Gzerine dogrudan soguk hava Uflenmesini 6nlemek
icindir. Butona basilirsa, baska bir i¢c Unite isitma isletiminde iken dahi fan hizi
degismeyecektir.

10.2.5 Belirti: Fan yonU ayar ile uyusmuyor

Fan yonu kullanici arabirim ekrani ile uyusmuyor. Fan yoniu degismiyor. Bu, Unite
mikro bilgisayar tarafindan kontrol edildigi icindir.

10.2.6 Belirti: Bir Gniteden (ic tnite) beyaz bugu cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem ylksek oldugunda. Bir i¢ Unitenin ici cok
kirlenmisse, oda icindeki sicaklik dagilimi esit olmaz. ic Unitenin icinin

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.2.12

10.2.13

10.2.14

temizlenmesi gerekir. Unitenin temizlenmesi (zerine ayrintilar icin saticiniza
danisin. Bu islem yetkili bir servis gorevlisi tarafindan yapiimalidir.

Sogutma isletimi durduktan hemen sonra ve oda sicakhgl ve nemi distkse. Sicak
sogutma gazinin i¢ Unitenin icine geri akmasindan ve buhar olusturmasindandir.

Belirti: Bir (initeden (ic Unite, dis Unite) beyaz bugu cikiyor

Buz ¢6zme isleminden sonra sistem isitma isletimine gecis yaptirildiginda. Buz
¢o6zme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

Belirti: Kullanici arabirimi Gzerinde "U4" veya "U5" gortntUlenir ve calisma durur ancak
ardindan birkac¢ dakika sonra tekrar baslar

Bunun nedeni, kullanici arabiriminin klima disindaki elektrik gereclerinden gurultd
yakalamasidir. GUrultt Uniteler arasindaki iletisimi onler, durmalarina sebep olur.
GUraltd sinyali kayboldugunda calisma otomatik olarak tekrar baslar. Gulcln
sifirlanmasi bu hatanin giderilmesine yardimci olabilir.

Belirti: Klimalarin gliriiltisi (ic Gnite)

Gic beslemesi acildiktan hemen sonra bir "zeen" sesi duyulur. i¢ Unite icindeki
elektronik genlesme valfi calismaya baslar ve bu sesi cikarir. Yaklasik bir dakika
icinde seviyesi azalacaktir.

Sistem sogutma isletimi yaparken veya dururken slrekli bir alcak "shah" sesi
duyulur. Drenaj pompasi (opsiyonel aksesuar) ¢alistiginda bu ses duyulur.

Isitma isletiminden sonra sistem durdugunda "pishi-pishi" gicirti sesi duyulur.
Sicaklik degisikliginin sebep oldugu, plastik parcalarin genlesmesi ve ¢ekilmesi bu
sesi ¢ikarir.

ic Unite durdurulurken alcak bir "sah", "choro-choro" sesi duyulur. Baska bir ic
Unite isletimde oldugunda, bu ses duyulur. Sistemin icinde yag ve sogutucu
kalmasini dnlemek icin, kiiclk bir miktar sogutucu akisi strdtrdlir.

Belirti: Klimalarin giriltisi (ic Unite, dis Gnite)

Sistem sogutmada veya buz ¢ozme isleminde iken sdrekli bir i1slik sesi duyulur. Bu,
hem ic hem de dis Uinite icinde akan sogutucu gazin sesidir.

Baslangicta veya isletimin durdurulmasindan veya buz ¢6zme isleminden hemen

sonra duyulan bir ishk sesi. Akis durmasi veya akis degismesinin sebep oldugu
sogutucu sesidir.

Belirti: Klimalarin glrdlttsa (Dis Unite)

Isletim sesinin tonu degistiginde. Bu ses frekans degisikligi nedeniyle olusur.

Belirti: Uniteden toz cikiyor

Uzun bir stre boyunca Unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin icine toz
girmesindendir.

Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu yeniden yayabilir.

Belirti: Dis Unite fani donmuyor

isletim sirasinda, Griiniin isletimini optimize etmek icin fanin hizi kontrol edilir.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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10.2.15 Belirti: Kisa bir isitma isletiminden sonra dis Unitedeki kompresér durmuyor

Bu, sogutucunun kompresériin icinde kalmasini énlemek icindir. Unite 5 ila 10
dakika sonra duracaktir.

10.2.16 Belirti: Unite durdugunda bile dis tnitenin ici sicak

Kompresorin dizgln bir sekilde baslamasi igin karter isiticisi kompresori isitmakta
oldugundan bu meydana gelir.

10.2.17 Belirti: ic Uinite durduruldugunda sicak hava hissediliyor

Ayni sistem Uzerinde birkac farkh i¢ Unite calistiriliyor. Baska bir Unite calisirken
Unitenin icinden bir miktar sogutucu akacaktir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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11 Yer degistirme

TUm Unitenin sokilmesi ve yeniden kurulmasi icin saticinizla temas kurun.
Unitelerin tasinmasi teknik uzmanlk gerektirir.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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12 Bertaraf

Bu Unite hidroflorokarbon kullanir. Bu (niteyi bertaraf ederken saticinizla temas
kurun. Sogutucunun "hidroflorokarbon toplama ve imha etme" dizenlemelerine
gore toplanmasi, tasinmasi ve bertaraf edilmesi yasal gerekliliktir.

DIKKAT
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve

sogutucu, yag ve diger pargcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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13 Teknik veriler

13.1 Eco Design gereklilikleri

Unitenin Enerji Etiketi — Lot 21 verisine ve dis/ic kombinasyonlarina basvurmak icin
asagidaki adimlari izleyin.

1 Suweb sayfasini acin: https://energylabel.daikin.eu/

2 Devam etmek icin secin:

4

= Uluslararasi web sitesi icin "Continue to Europe" (Avrupa'ya devam).
= Bir Ulke ile ilgili site icin "Other country" (Diger ulke).

Sonug: "Seasonal efficiency" (Mevsimsel verimlilik) web sayfasina
yonlendirilirsiniz.

"Eco Design — Ener LOT 21" altinda, "Generate your data" (Verilerinizi
olusturun) secenegine tiklayin.

Sonug: "Seasonal efficiency (LOT 21)" (Mevsimsel verimlilik (LOT21)) web
sayfasina yonlendirilirsiniz.

Dogru sistemi secmek icin web sayfasindaki yonergeleri izleyin.

Sonug: Secim yapildiginda, LOT 21 veri sayfasi bir PDF veya HTML web sayfasi
olarak goruntulenebilir.

BiLGi

[ ]
l Sonugta ¢ikan web sayfasindan diger belgelere (6rn. kilavuzlar,...) de basvurulabilir.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Kutu hakkinda

Su hususlarr dikkate alin:

= Teslim sirasinda, (nitede hasar ve eksiklik olup olmadigl kontrol EDILMELIDIR.

Tespit edilen hasarlar veya eksik parcalar derhal tasimacinin hasar servis
yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

= Tagima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mimkin oldugunca nihai
montaj konumuna getirene kadar ambalajindan ¢ikarmayin.

= Uniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediginiz yolu énceden
hazirlayin.

= Uniteyi tasirken asagidakileri dikkate alin:

El Kirilgandir.

Kompresor hasarina meydan vermemek igin Uniteyi dik tutun.

14.1 Dis Unite

14.1.1 Dis Uniteyi ambalajindan ¢ikarmak igin

14.1.2 Dis Uniteyi tasimak icin

iKAZ

Yaralanmaktan kaginmak igin Unitenin hava girisi veya aliminyum kanatlarina
DOKUNMAYIN.

Forklift. Unite paleti izerinde kaldigi siirece bir forklift de kullanilabilir.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Uniteyi asagida gosterildigi gibi yavas tasiyin:

14.1.3 Aksesuarlari dis Uniteden sokmek icin

A—e = T00Q =-n® O 0 T O

Genel giivenlik onlemleri
Dis Gnite montaj kilavuzu
ikaz etiketi

Florlu sera gazlar etiketi
ilave sogutucu sarj etiketi
Uygunluk beyani

Sivi hatti borusu — dirsek
Sivi hatti borusu — kisa
Sivi hatti borusu — uzun
Gaz hatti borusu — dirsek
Gaz hatti borulari

c
|1x

A <«

1 Servis kapagini ¢ikartin. Bkz. "17.2.2 Dis Uniteyi agmak icin" [» 72].

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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15 Uniteler ve secenekler hakkinda

Bu bolimde

15.1 Kimlik

L5.1 KIMITK bbb h bbb 53
15.1.1  Tanim etiketi: Dig Unite. 53
152 DI UNIEE NAKKINGG 1ttt etttk ettt s e s ket s et r ettt 53
153 SISTEM MONTA] PIANT -ttt ettt t ettt ettt s ettt s e s st e st b et s et s ettt ens 54
15.4  Unitelerin kombinasyonu ve secenekler...............ccccocovevvernnn. 54
15.4.1  Unitelerin kombinasyonu ve secenekler hakkinda.... 55
15.4.2 g Unitelerin olasi kombinasyonlari.............c..cc.c........ 55
15.4.3  Dig UNIte iGN 0lasl SEEEMEKIET .. ..t ittt ettt ettt 55

15.1.1 Tanim etiketi: Dis Ginite

Konum

"]

Model tanimlamasi

Ornek: RXYSA6B7Y1B

Kod Aciklama
R Dis hava sogutmali
X Isi pompasi (sirekli olmayan isitma)
Y Tekli moddl
E S serisi
A Sogutucu R32
4~6 Kapasite sinifi
B7 Model serisi
V1 GUc beslemesi: 1~, 220~240V, 50 Hz
Y1 GUg¢ beslemesi: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Avrupa pazari

15.2 Dis Unite hakkinda

Bu montaj kilavuzu, VRV 5-S, tam inverter tahrikli isi pompasi sistemine aittir.

Bu Uniteler bina disina montaj icin tasarlanmistir ve havadan havaya isi pompasi
uygulamalarina yoneliktir.

Bu Unite VRV IV-S dis Unitelerinin degisimi icin kullanilabilir. Gegerli durumlarda ilgili
degisim bilgilerine bakin.
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15 | Uniteler ve secenekler hakkinda

Spesifikasyon RXYSA4~6
Kapasite Isitma 14,2~18,0 kW
Sogutma 12,1~15,5 kW
Ortam tasarim sicakhgi Isitma —-20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Sogutma -5~46°C DB

15.3 Sistem montaj plani

UYARI
Kurulum, bu R32 ekipmani igin gegerli olan gerekliliklere uygun OLMALIDIR. Daha

fazla bilgi icin bkz. "3.1 R32 sogutucu kullanan ekipmanlar icin talimatlar" [» 17].

DIKKAT
Yil boyu sogutmanin gerektigi sunucu odalari ve veri merkezleri gibi teknik odalarin

sogutulmasina izin VERILMEZ.

BILGI
Asagidaki sekil sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

i @

BILGI
Tim i¢ Unite kombinasyonlarina izin veriimez, yardim igin bkz. "15.4.2 i¢ tnitelerin
olasi kombinasyonlari" [» 55].

i @

Isi pompasi dis Unitesi

Sogutucu borular

VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite

Normal modda uzaktan kumanda

Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda

Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)

-0 Q. n T O

15.4 Unitelerin kombinasyonu ve secenekler

. BILGI
l Belirli segenekler ilkenizde heniiz mevcut OLMAYABILIR.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
54 4P848372-1A — 2026.07



15 | Uniteler ve secenekler hakkinda

15.4.1 Unitelerin kombinasyonu ve secenekler hakkinda

DIiKKAT
Sistem kurulumunuzun (dis Gnite+i¢ Gniteler) calisacagindan emin olmak igin, VRV 5-S

ISl pompasina ait en son teknik mihendislik verilerine basvurmaniz gerekir.

Bu 1s1 pompasi sistemi cesitli tipteki i¢c Unitelerle birlestirilebilir ve yalniz R32
kullanimina yoneliktir.

Mevcut Unitelere dair genel bir aciklama icin Uriin kataloguna basvurabilirsiniz.

ic Unitelerin ve dis Unitelerin izin verilen kombinasyonlarini gdsteren genel bir
actklama verilmistir. TUm kombinasyonlara izin verilmez. Bunlar, teknik mihendislik
verilerinde bahsedilen kurallara (dis Uniteler, i¢ Gniteler ve uzaktan kumandalar, vb.
arasindaki kombinasyon) tabidir.

15.4.2 ¢ tnitelerin olasi kombinasyonlari

Genel olarak asagidaki ic Unite tipleri bir VRV 5-S isi pompasi sistemine baglanabilir.
Listenin kapsamli degildir ve hem dis Unite modeli, hem de i¢ Unite modeli
kombinasyonlarina bagli olarak degisir.

= VRV direkt genlesmeli i¢c Uniteler (havadan havaya uygulamalar). Not: RXYSA4~6
Unitelerine bagli i¢ Uniteler icin ¢cok kullanicili secenege izin verilmez.

= EKVDX (havadan havaya uygulamalar): VAM-J8 gereklidir.
= AHU (havadan havaya uygulamalar): EKEXVA kiti ve EKEACBVE kutusu gereklidir.

= Hava perdesi (havadan havaya uygulamalar). Daha fazla bilgi icin veri kitabindaki
kombinasyon tablosuna bakin.

15.4.3 Dis Unite icin olasl secenekler

BiLGi

[
l En son opsiyon adlari igin teknik mihendislik verilerine bakin.

Alt plaka isitici (EKBPH250D7)

= Alt plakanin donmasini 6nler.

= DlsUk ortam sicaklklarinin ve yiksek nem kosullarinin gorildigt yerlerde
onerilir.

= Montaj talimatlariicin, alt plaka isiticinin montaj kilavuzuna bakin.

Sogutma/isitma segici (KRC19-26A)

Isitma veya sogutma isletimini bir merkezi konumdan kontrol etmek.

Anahtari duvara monte etmek icin bir ylizey montaj kiti (KJB111A) mevcuttur.

Sogutma/isitma secici anahtarini dis Uniteye baglamak icin bkz. "20.4 Sogutma/

Isitma segici anahtar secenegini baglamak igin" [» 117].

Harici kontrol adaptorii (DTA104A61/62)

Merkezi bir kumandadan gelen harici giris ile spesifik isletim bilgisi vermek icin
harici kumanda adaptort kullanilabilir. DUstk gUraltdlu isletim ve glc tUketimi
sinirlama isletimi icin talimatlar (grup veya ferdi) verilebilir.
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

16 R32 Unitelericin 6zel gereklilikler

Bu bdlimde
16.1  MONtA] @laNT GErEKSIMIMIBTT ...ttt ettt ettt ettt et s et s ket s et es et e sttt s s 56
16.2  Sistem diizeni gereksinimleri.... 56
16.3  Sar] SINITINTDEIIIEMEK IGIN .ttt ettt ettt ettt ettt ettt s e sttt eneeens 60

16.1 Montaj alani gereksinimleri

UYARI
Cihaz R32 sogutucu igeriyorsa, cihazin icinde saklandigl odanin zemin alani en az

98.3 m? olmalidir.

DIKKAT
* Boru tesisati givenle monte edilecek ve fiziksel hasarlardan korunacaktir.

® Boru tesisati montajini asgari diizeyde tutun.

16.2 Sistem duzeni gereksinimleri

VRV 5-S, A2L olarak derecelendirilen ve hafif yanici olan R32 sogutucuyu kullanir.

IEC 60335-2-40'In gelistirilmis sizdirmazlik sogutma sistemlerinin gereksinimlerine
uymak icin, bu sistem dis Unitede kesme vanalari ve uzaktan kumandada bir alarm
ile donatilmistir. Bu kilavuzun gerekliliklerine uyulmasi durumunda, ek glvenlik
onlemlerine gerek yoktur.

Varsayilan olarak Unitede uygulanan karsi dnlemler sayesinde ¢ok cesitli sarj ve oda
alani kombinasyonlarina izin verilir.

Tim sistemin mevzuata uygun oldugundan emin olmak icin asagidaki montaj
gereksinimlerini izleyin.

Dis linitenin montaji

Dis Unitenin disariya monte edilmesi gerekir. Dis Unitenin ic mekanda montaji icin,
ilgili mevzuata uymak icin ek dnlemler alinmasi gerekebilir.

Dis Unitede harici c¢ikis icin bir terminal bulunur. Bu SVS cikisi, ek karsi dnlemler
gerektiginde kullanilabilir. SVS cikisit X2M terminalinde bulunan ve bir sizinti tespit
edilmesi, R32 sensorlinln (i¢ Unitede bulunur) arizasi veya baglantisinin kesilmesi
durumunda kapanan bir kontaktir.

SVS cikisi hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. "20.3 Harici cikislari baglamak
icin" [» 116].

i¢ tinitenin montaji

DIKKAT
Bir veya daha fazla oda, bir kanal sistemi kullanilarak Gniteye baglanirsa, girisin VE

cikisin kanallarla dogrudan ayni odaya baglandigindan emin olun. Hava giris veya
cikisi icin asma tavan gibi bosluklari bir kanal olarak KULLANMAYIN.

ic Unitenin montaji icin ic Unite ile birlikte verilen montaj ve kullanim kilavuzuna
bakin. ic Unitelerin uyumlulugu icin bu Unitenin teknik veriler kitabinin en son
strimdine bakin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

Sistemdeki toplam sogutucu miktari, izin verilen maksimum toplam sogutucu
miktarindan az veya ona esit olmalidir. izin verilen maksimum toplam sogutucu
miktari, sistem tarafindan hizmet sunulan odalarin ve en alt yeralti katindaki
odalarin alanina baghdir.

Sisteminizin sarj sinirlamasi gereksinimini karsilayip karsilamadigini kontrol etmek
icin bkz. "16.3 Sarj sinirini belirlemek icin" [» 60].

Harici cihaz icin ¢ikis saglamak Gzere i¢ Uniteye opsiyonel bir ¢ikis PCB'si eklenebilir.
Cikis PCB'si bir kacak tespit edilmesi, R32 sensorinin arizalanmasi veya sensor
baglantisinin kesilmesi durumunda tetikleyecektir. Kesin model adi icin i¢ Unitenin
opsiyon listesine bakin. Bu secenek hakkinda daha fazla bilgi icin, opsiyonel ¢ikis
PCB'sinin montaj kilavuzuna bakin.

Boru tesisati gereksinimleri

Boru tesisatl islemleri "18 Boru tesisat!" [» 77] bolimindeki talimatlara uygun
olarak vyapiimalidir. Yalnizca en son 1S014903 sirimdiyle uyumlu mekanik
baglantilar (6rn. sert lehimleme+havsali baglantilar) kullanilabilir.

Yasam alaninda kurulan borular icin lGtfen borularin kazara hasarlara karsi
korundugundan emin olun. Boru tesisati kontrol islemleri "18.4 Sogutucu akiskan
borularinin kontrolG" [» 93] bdéliminde belirtilen prosedirlere uygun olarak
yapilmalidir.

Uzaktan kumanda gereksinimleri

a
T 2. OB
o] CVJ_‘"".CVJ_"“: c!J_! .
d@ | al || @] |
RN R L e@ |
ho ! ho ! ho

Isi pompasi dig Unitesi

Sogutucu borulari

VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite

Normal modda uzaktan kumanda

Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda

Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)
Merkezi kumanda (opsiyonel)

Opsiyon PCB (opsiyonel)

S0 -~n® Qn T O

Uzaktan kumandanin montaji icin lGtfen uzaktan kumanda ile birlikte verilen
montaj ve kullanim kilavuzuna bakin. Her i¢ Gnite R32 glvenlik sistemiyle uyumlu
bir uzaktan kumanda (6rn. BRC1H52/82* veya daha sonraki tip) ile baglanmalidir.
Bu uzaktan kumandalarda, bir kacak durumunda kullaniciyr gorsel ve isitsel olarak
uyaran guvenlik dnlemleri uygulanmistir.

Uzaktan kumandanin montaji icin, gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

1 VYalnizca glvenlik sistemi ile uyumlu bir uzaktan kumanda kullanilabilir.
Uzaktan kumanda uyumlulugu icin teknik veri sayfasina bakin (6rn.
BRC1H52/82%).

2 Her ic Unite ayri bir uzaktan kumandaya baglanmalidir. ic Unitelerin grup
kontrolG altinda calismasi halinde, oda basina sadece bir uzaktan kumanda
kullaniimasi mimkdindar.

3 ic Unitenin hizmet verdigi odaya yerlestirilen uzaktan kumanda 'tamamen
islevsel' modda veya 'yalnizca alarm' modunda olmalidir. i¢ Unitenin monte
edildigi oda disinda bir odaya hizmet vermesi durumunda, hem monte edildigi
hem de hizmet edilen odada bir uzaktan kumanda gereklidir (bazi esneklikler
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mimkinddr, asagidaki 6rneklere bakiniz). Farkh uzaktan kumanda modlari ve
nasil ayarlanacagi hakkinda ayrintilar icin lutfen asagidaki notu gbézden gegirin
veya uzaktan kumanda ile birlikte verilen montaj ve kullanim kilavuzuna bakin.

4 Uyuma verlerinin sunuldugu binalar (6rn. otel), kisilerin hareketlerinde kisitli
oldugu (6rn. hastaneler), kontrolstz sayida kisi mevcut olan yerler veya
insanlarin givenlik 6nlemlerinden haberdar olmadigl binalar icin asagidaki
cihazlardan birinin 24 saat izlenen bir yere takilmasi zorunludur:

* bir denetmen uzaktan kumandasi
= veya bir merkezi kumanda. Ornegin, WAGO moduli Gizerinden harici alarmi
olan bir iTM, entegre alarmi olan iTM, ...

Not: Uzaktan kumandalar gorsel ve isitsel bir uyari olusturur. Orn. BRC1H52/82*
uzaktan kumandalar 65 dB (ses basinci, alarmin 1 m mesafede o6l¢ulir) alarm
Uretebilir. Ses verileri uzaktan kumandanin teknik veri sayfasinda bulunur. Alarm
daima odanin arka plan giiriiltiisiinden 15 dB daha yiiksek olmalidir.

Asagidaki durumlarda, ses cikisi odanin arka plan giriltisinden 15 dB daha ytksek
olan, sahadan temin edilen bir harici alarmin monte edilmesi GEREKIR:

= Uzaktan kumandanin ses cikisinin 15 dB farki garanti etmeye yetmemesi. Bu
alarm, dis Gnitenin SVS cikis kanalina veya bu belirli odanin i¢ Unitesinin opsiyonel
¢ikis PCB'sine baglanabilir. Dis SVS, sistemin tamindan tespit edilen her tirli R32
sizintisinda tetiklenir. i¢ Gniteler icin, opsiyonel cikis sadece kendi R32 sensérii bir
sizinti algiladiginda tetiklenir. SVS cikis sinyali hakkinda daha fazla bilgi icin bkz.
"20.2 Elektrik kablolarini dig Uniteye baglamak icin" [» 113]. i¢ Unitenin opsiyonel
¢ikis PCB'si hakkinda daha fazla bilgi icin, lutfen i¢ Gnitenin montajci ve kullanici
referans kilavuzuna basvurun.

= Entegre alarmi olmayan merkezi bir kumandanin kullanilmasi veya entegre
alarmli merkezi kumandanin ses c¢ikisinin 15 dB farki garanti etmeye yetmemesi.
Harici alarmin dogru montaj prosediri icin lutfen merkezi kumandanin montaj
kilavuzuna basvurun.

Not: Konfiglirasyona bagl olarak, uzaktan kumanda Uc¢ olasi modda kullanilabilir.
Her mod farkli kumanda islevselligi sunar. Uzaktan kumandanin isletim modunun
ayarlanmasi ve islevi hakkinda ayrintili bilgi icin, lUtfen uzaktan kumandanin
montajci ve kullanici referans kilavuzuna bakin.

Mod Fonksiyon

Tamamen islevsel Kumanda tamamen islevseldir. Tim normal islevler
kullanilabilir. Bu kumanda ana veya bagimli olabilir.

Yalniz alarm Kumanda yalnizca kagak tespit alarmi gorevi gorir (tek
bir i¢ Unite icin). Hicbir islev kullanilamaz. Uzaktan
kumanda daima i¢ Unite ile ayni odaya konulmalidir. Bu
kumanda ana veya bagimli olabilir.

Denetmen Kumanda yalnizca kagak tespit alarmi gérevi gorir
(tim sistem icin, yani coklu ic Uniteler ve ilgili
kumandalari). Baska hicbir islev kullanilamaz. Uzaktan
kumanda denetlenen bir yere yerlestiriimelidir. Bu
uzaktan kumanda yalnizca bagimli olabilir.

Not: Sisteme bir denetmen uzaktan kumandasi
eklemek icin, hem uzaktan kumandada hem de dis
Unitede bir saha ayari yapilmahdir.

Not: Uzaktan kumandalarin yanlis kullaniimasi, hata kodlarinin olusmasina,
calismayan sistem veya ilgili mevzuata uygun olmayan sisteme neden olabilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Not: Bazi merkezi kumandalar denetmen uzaktan kumandasi olarak da
kullanilabilir.  Bu Kurulum hakkinda daha fazla bilgi igin, litfen merkezi
kumandalarin montaj kilavuzuna basvurun.

Ornekler
TAMAM DEGIL TAMAM Durum
1 Uzaktan kumanda R32 giivenlik
| sistemi uyumlu degil
a o) a b
X c ] v | ‘@
2 Uzaktan kumandasiz i¢ Gnitelere izin
[ [ | [ [ | verilmiyor
a b[ ] bll | b[ 1] a bll | bll | bll |
X o v e e e
3 R32 glvenlik sistemi uyumlu bir adet
| uzaktan kumanda olmasi durumunda,
a b a b[ | ana kumanda olmali ve ic initenin

: ayni odasinda bulunmahdir.

4 Kanalli bir i¢ Gnitenin, monte edildigi
B bfj | oda disinda bir odaya hizmet vermesi
a —— durumunda, hem besleme hem de
oL || tH O ont
a = donis havasinin bu odaya kanalla
vhort J A @d g ulastirilmasi GEREKIR.

X B 8¢ g Belirli bir odaya yalnizca farkli bir
odaya monte edilmis bir kanalli i¢
Unitenin hizmet verdigi durumda, oda
alani ve uzaktan kumanda kurallarinin

b a
a 1 e yalnizca hizmet verilen odada
- uygulanmasi GEREKIR.
X |8 @ 5| o |
Diger tim durumlarda, hem kanalli i¢

b Unitenin monte edildigi odanin hem
de hizmet verilen odanin/odalarin,
= oda alani ve uzaktan kumanda

L@id bt kurallarina uymasi gerekir.

d
J B 2 B A: Oda alani kisitlamalari gegerli
degildir. Uzaktan kumanda gerekmez.

B: Oda alani kisitlamalari gecerlidir ve
uzaktan kumanda montaji gerekir.

5 R32 gilvenlik sistemi uyumlu iki adet

! | uzaktan kumanda olmasi durumunda,
b a b[ [ en az bir uzaktan kumanda i¢ Gnitenin
-1 @d Bd odasinda bulunmalidir.
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TAMAM DEGIL

TAMAM Durum

Grup kontrollne; farkli portlara veya

[ [ | ayni porta baglanmis maksimum
b[ [ b[ [ b[ | 10 Uniteye kadar izin verilir. En az bir
adet R32 glvenlik sistemi uyumlu

a
J uzaktan kumanda i¢ Unitelerin

odasinda bulunmalidir.

Belirli durumlarda, uzaktan kumandayi

ad| ‘@d

denetlenen bir yere monte etmek
f zorunludur.

Odada: ana uzaktan kumanda

r
—\2

Be

tamamen islevsel VEYA sadece alarm

modunda.
Denetmen odasinda: denetmen
uzaktan kumandasi.

Dig Unite

ic Unite

R32 glvenlik sistemiyle uyumlu OLMAYAN uzaktan kumanda
R32 glvenlik sistemiyle uyumlu uzaktan kumanda
Denetmen modunda uzaktan kumanda

Denetmen odasi

Kanallar (besleme ve donis havasi)

Q -~ Q0 T O

16.3 Sarj sinirini belirlemek icin

Adim 1 — Sistemdeki toplam sogutucu sarj sinirini elde etmek icin sunlarin alanini
belirleyin:

= i¢ Unitenin monte edildigi oda
= VE farkli bir odaya monte edilmis kanalli bir i¢ Gnitenin hizmet verdigi odalar.

Oda alani duvarlarin, kapilarin ve bélmelerin zemine yansitiimasi ve gevrelenmis
alanin hesaplanmasiyla belirlenebilir. Sistem tarafindan hizmet sunulan en kigulk
odanin alani, bir sonraki adimda sistemin izin verilen maksimum toplam sarjini
belirlemek icin kullanihr.

Sadece asma tavanlar, kanallar veya benzeri baglantilarla baglanan mahaller tek bir
alan olarak kabul edilmeyecektir.

Ayni kattaki iki oda arasindaki bolme belirli gereksinimleri karsiliyorsa, odalar tek
oda olarak kabul edilir ve oda alanlari toplanabilir. Bu sekilde, izin verilen
maksimum sarji hesaplamak igin kullanilan A, degerini arttirmak miumkindur.

Oda alanlarinin toplanmasi icin asagidaki iki gereksinimden birinin karsilanmasi
gerekir:

= Ayni katta, zemine uzanan ve insanlarin gecmesi icin tasarlanan kalici bir agiklikla
baglantili odalar tek bir oda olarak kabul edilebilir.

= Ayni kattaki asagidaki gereksinimleri karsilayan acikliklar ile baglantili odalar tek
bir oda olarak duslnulebilir. Hava sirkllasyonuna izin vermek icin aciklik iki
parcadan olusmalidir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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=20 mm

1500 mm

300mm
200mm

nvmin "7 SB0%A =20 mm

[ <100 mm

A Minimal dogal havalandirma alani

Alttaki acikhk igin:

= Bu disa donuk agikhk degildir

= Acikhk kapatilamaz

= Aciklik 20,012 m? (A,,,..;») olmalidir

= A, belirlenirken yerden 300 mm Gzerindeki agikliklarin alani sayilmaz
= A in enaz %50'si zeminden 200 mm ylkseklikten asagida

= Alttaki acikhgin tabani zeminden <100 mm

= Acikhgin yiksekligi 220 mm

Ustteki aciklik igin:

= Bu disa donuk agikhk degildir

= Acikhk kapatilamaz

= Aciklik 20,006 m? (A,,.i,'in %50'si) olmalidir

= Ustteki acikhigin tabani zeminden >1500 mm olmalidir

= Acikhgin yuksekligi 220 mm

Not: Ust aciklik gereksinimi asma tavanlar, havalandirma kanallari veya bagl odalar
arasinda hava akis yolu saglayan benzer dizenlemelerle karsilanabilir.

Adim 2 — Her i¢ Unite icin VE kanalli bir i¢ Unitenin hizmet verdigi her oda icin
sistemdeki toplam sogutucu sarj sinirini belirlemek amaciyla grafigi veya asagidaki
tabloyu kullanin.

Hem en alttaki yeralti kati HEM diger katlar icin degeri belirleyin.

Toplam sogutucu sarj siniri, sunlar arasinda olcilen etkili montaj yuksekligine
baglhdir:

= i¢c Unitenin ayni odaya monte edilmesi durumunda, i¢ Unitenin alt tarafi ile
zeminin en algak noktasi.

= farkh bir odaya monte edilmis kanalli bir i¢c UGnitenin hizmet verdigi odalar igin
kanal agikhginin alt kismi ile zeminin en alcak noktasi.

Not: Montajiniz icin yikseklik gosterilmiyorsa, tablodaki en yakin yikseklik degerini
kullanin. Ornegin, 2,7 m montaj yiksekligi icin, tablodaki 2,5 m yikseklige karsilik
gelen degeri kullanin.

Daha ayrintili bir tablo icin veri kitabina basvurun.

DIKKAT
Zemin Ustl i¢ Uniteler (6rn. FXNA) harig, i¢ Uniteler ve kanal agikliklarinin tabani

zeminin en alcak noktasindan 1,8 m'den daha asagiya monte edilemez.

Not: Tiretilen yik degeri asagi yuvarlanmalidir.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
4P848372-1A - 2026.07
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

DIGER TUM KATLAR

Etkili montaj yiiksekligine karsilik gelen 'a' egrisini segin

oo °F OO0

EN DUSUK YER ALTI KATI

Etkili montaj ytiksekligine karsilik gelen 'b' egrisini segin

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | R32 Uniteler igin 6zel gereklilikler

All other floors (@ m [kgd] Lowest underground floor ()
60
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//f_/ """ st ? 25m© 354%

T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(b) -
[m?] Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m

5 — | —| —|44]|60|60|68| — | —| —|35|40|46|52 53 |31.831.8(35.5/41.6|47.7|53.8|59.9 26.8 | 26.8| 30.5| 36.6 | 42.7 | 48.8| 54.9
6 — | —|44|60|63|72|81| — | —[35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0( 27.4 | 27.4|31.1| 37.3|43.5|49.7 | 56.0
7 | 46|46 |60(63|74|84|/95|35|35(40|48|56|64|73 55 |32.9(32.9(36.7|43.0/49.3|55.7|62.0( 27.9 | 27.9| 31.7| 38.0|44.3| 50.7 | 57.0
8 [ 60|60(60|72|84|96|108| 41 |41|46|55|64|74|83 56 |33.4|33.4|37.2|43.7|50.1|56.6|63.0 | 28.4 | 28.4|32.2| 38.7 |45.1| 51.6| 58.0
9 | 68|68|68|81|95|108/122| 46 |46|52|62|73|83|93 57 |33.9(33.9|37.8/44.4|50.9|57.5|64.1(28.9|28.9/32.8/39.4|45.9|52.5| 59.1
10 [ 75 |75|75|90|10.5/12.0|13.5| 51 | 51 | 58| 6.9 | 81| 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1(29.4 | 29.4|33.4|40.1|46.7 | 53.4| 60.1
11 | 83 /83[83|99|11.6/13.2/149| 56 | 56|63 | 7.6|89|10.1/11.4 59 |34.934.939.0/45.8/52.5|59.3|66.1(29.9|29.9/34.0/40.8|47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 [10.8|12.6|14.4|16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83 | 9.7 |11.1|12.4 60 [35.4|35.4|39.5(46.4|53.4|60.3(67.2|30.4 |30.4|34.5(41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 9.8 /9.8 |98 |11.7|13.7|/15.6/17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5 | 9.0 |10.5/12.0|13.5 61 | 35.9|35.9/40.1/47.1/54.2|61.2|68.2| 30.9 |30.9|35.1|42.1|49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5/10.5/10.5(12.6|14.7|16.8|18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9(14.5 62 |36.4|36.4|40.7 47.8(55.0|62.1(69.2|31.4 |31.4|35.7|42.8|50.0| 57.1| 64.2
15 | 11.3/11.3|11.3|/13.5/15.8/18.0/20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1|13.8| 15.5 63 |36.9(36.9/41.3/48.5/55.8|63.0/70.3|31.9|31.9/36.3|43.5/50.8|58.0|65.3
16 | 12.0/12.0{12.0{14.4|16.8|19.2|21.6| 8.1 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8|49.2|56.6|63.9(71.3|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|58.9| 66.3
17 [12.8/12.8|12.8/15.3|17.9/20.4|22.6| 8.6 | 8.6 | 9.8 |11.7|13.7|15.7| 17.6 65 |37.9|37.9|42.4/49.9/57.4|64.9|72.3|32.9|32.9/37.4|44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5/13.5(13.5(16.2|18.9|21.6/23.7| 9.1 | 9.1 [10.4|12.4|14.5|16.6|18.7 66 |38.438.4/43.0(50.6(58.2|65.8(73.4|33.4|33.4|38.0/45.6|53.2|60.8| 68.4
19 [ 14.3/14.3/14.3/17.1/20.0/22.5/24.7| 9.6 | 9.6 |10.9/13.1/15.3|17.5(19.7 67 |38.9|38.9/43.6/51.3/59.0|66.7 |74.4 | 33.9 |33.9/38.6/46.3|54.0/61.7|69.4
20 | 15.0/15.0(15.0|18.0(21.0|23.4|25.7| 10.1 |10.1|11.5|13.8|16.1|18.4| 20.7 68 [39.439.4|44.1|52.0/59.8|67.6|75.5|34.4 |34.4|39.1|47.0|54.8|62.6| 70.5
21 | 15.6|15.6/15.8|18.9/21.9|24.3|26.8| 10.6 | 10.6|12.1|14.5|16.9| 19.3| 21.8 69 |40.0|40.0|44.7 |52.7/60.6|68.5|76.5 | 35.0 | 35.0| 39.7|47.7|55.6|63.5| 71.5
22 (16.1]16.1(16.5(19.8(22.7|25.3|27.8| 11.1 |11.1|12.7|15.2|17.7|20.3| 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5(35.5|35.5/40.3|48.4|56.4|64.5|72.5
23 [ 16.7]16.7|17.3|20.7|23.5|26.2|28.8| 11.7 | 11.7|13.2|15.9|18.5| 21.2| 23.8 71 |41.0|41.0/45.9/54.0/62.2|70.4|78.6 | 36.0 | 36.0/40.9/49.0|57.2|65.4| 73.6
24 (17.2|17.2|18.0(21.6(24.3|27.1|29.9| 12.2 |12.2|13.8|16.6|19.3|22.1|24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7|63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7 | 58.0|66.3| 74.6
25 [17.717.7|18.8|22.3|25.1|28.0|30.9( 12.7 (12.7 |14.4|17.3|20.1|23.0| 25.9 73 |42.0|42.0|47.0|55.4/63.8|72.2|79.8|37.0|37.0/42.0/ 50.4|58.8|67.2| 75.6
26 (18.2]18.2(19.5/23.0(26.0|28.9|31.9| 13.2|13.2(15.0(18.0|21.0|23.9|26.9 74 |42.5|42.5|47.6|56.1/64.6|73.2|79.8 | 37.5|37.5/42.6/51.1|59.6|68.2| 76.7
27 |18.7]18.7|20.3|23.7|26.8|29.9|33.0| 13.7 |13.7 [15.5|18.7 | 21.8|24.9| 28.0 75 |43.0(43.0/48.2|56.8/65.4|74.1/79.8 | 38.0 |38.0/43.2|51.8|60.4|69.1|77.7
28 [19.2|19.2|121.0(24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2 | 14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5/66.2|75.0|79.8 | 38.5|38.5|43.7|52.5|61.2|70.0| 78.7
29 [19.719.7|21.7|25.0/28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7 | 16.7 | 20.0| 23.4| 26.7 | 30.0 77 |44.0 |44.0|49.3|58.2|67.1|75.9|79.8| 39.0 |39.0|44.3|53.2|62.1|70.9/79.8
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2 |15.2(17.3|20.7|24.2| 27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8|79.8|39.5 |39.5|44.9|53.9/62.9|71.8|79.8
31 [20.7|20.7 |22.826.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.7 | 17.8|21.4| 25.0| 28.6 | 32.1 79 |45.0 [45.0/50.5|59.6|68.7 | 77.8|79.8|40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7 | 72.8|79.8
32 [21.2|121.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2 |16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5[45.5(51.1|60.3|69.5|78.7|79.8|40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7|79.8
33 [21.7|21.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7 | 19.0|22.8|26.6| 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0/51.6/61.0/70.3|79.6|79.8|41.0 |41.0|46.6|56.0/65.3|74.6|79.8
34 [22.2|22.2|24.6(28.5(32.4|36.3|40.2| 17.2 (17.2({19.6(23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.5(52.2|61.6|71.1(79.8|79.8|41.5 |41.5|47.2|56.6|66.1|75.5|79.8
35 [227)22.7|25.1]29.2|33.2|37.2|41.3| 17.7 |17.7|20.1|24.2|28.2| 32.2| 36.3 83 |47.0|47.0/52.8|62.3|71.9|79.8|79.8 | 42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4|79.8
36 |23.2|23.2|25.7(29.9(34.0|38.2|42.3| 18.2 |18.2|20.7 | 24.9|29.0| 33.2| 37.3 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0|72.7|79.8 |79.8 | 42.6 |42.6 |48.4|58.0|67.7 | 77.4|79.8
37 |23.7|23.7|26.3|30.6|34.8|39.1/43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.6|29.8| 34.1| 38.3 85 |48.1|48.1/53.9|63.7|73.5|79.8|79.8 | 43.1 |43.1|48.9|58.7|68.5|78.3| 79.8
38 [24.2|24.2|126.9(31.2|35.6|40.0/44.4] 19.2 (19.2|21.9|26.2|30.6|35.0 | 39.4 86 |48.6|48.6|54.5|64.4|74.3|79.8|79.8 | 43.6 |43.6|49.5|59.4|69.3|79.2|79.8
39 [24.8|24.8(27.4|31.9|36.4|40.9/45.4] 19.8 (19.8|22.4|26.9|31.4|35.9|40.4 87 |49.149.1/55.1|65.1|75.1|79.8|79.8 | 44.1 |44.1|50.1|60.1|70.1|79.8|79.8
40 | 25.3(25.3|28.0|32.6|37.2|41.8|46.4|20.3 |20.3|23.0|27.6|32.2|36.8 |41.4 88 [49.6 |49.6|55.7 |65.8|75.9|79.8 |79.8 | 44.6 |44.6|50.7 |60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8(25.8(28.6/33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.8|23.6|28.3|33.0|37.842.5 89 [50.150.1/56.2|66.5|76.7|79.8 |79.8 | 45.1 |45.1|51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 | 26.3(26.3(29.2|34.0|38.8(43.7|48.5|21.3 |21.3|24.2|29.0 |33.8|38.7 | 43.5 90 | 50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8|45.6 |45.6|51.8|62.2|72.5|79.8|79.8
43 | 26.8(26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6| 21.8 |21.8|24.8|29.7 | 34.7 | 39.6 | 44.6 91 |51.1|51.1|57.4|67.9|78.3|79.8|79.8|46.1 |46.1|52.4|62.9|73.3|79.8|79.8
44 | 27.3|27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6| 22.3 |22.325.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 |51.6 |51.6(58.0|68.5|79.1|79.8|79.8|46.6 |46.6|53.0|63.5|74.1|79.8|79.8
45 |27.8|27.8|30.9(36.1|41.3|46.4/51.6|22.8 22.825.9(31.1|36.3|41.4|46.6 93 |52.1|52.1|58.5/69.2|79.8|79.879.8|47.1 |47.1|53.5|64.2|74.9|79.8|79.8
46 |28.3(28.3(31.5|36.8|42.1|47.4|52.7| 23.3 |23.3|26.5|31.8 |37.1|42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1|69.9|79.8|79.8|79.8|47.6 |47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 | 28.8(28.8(32.1|37.5|42.9(48.3|53.7| 23.8 | 23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 |53.1|53.1(59.7|70.6|79.8|79.879.8| 48.1 |48.1|54.7|65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 | 29.3(29.3(32.6|38.2|43.7 (49.2|54.7| 24.3 | 24.3|27.6|33.2|38.7 | 44.2| 49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8|48.6 |48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.8(29.8(33.2|38.8|44.5(50.1|55.8| 24.8 | 24.828.2|33.8(39.5|45.1|50.8 97 |54.1|54.1|60.8|72.0|79.8|79.879.8|49.1 |49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3|30.3(33.8(39.5|45.3|51.1|56.8|25.3 |25.3|28.8|34.5|40.3|46.1|51.8 98 |54.6 |54.6|61.4|72.7|79.8|79.8|79.8|49.6 |49.6|56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 |30.8|30.8(34.4(40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.829.4|35.2|41.1|47.0|52.8 99 |55.1(55.1(62.0|73.4|79.8|79.879.8|50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 |31.3/31.3|34.9]40.9|46.9|52.9|58.9] 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9/47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7|62.6 | 74.1|79.8 |79.8 |79.8| 50.7 | 50.7 | 57.6|69.1|79.8 | 79.8 | 79.8

A Hizmet verilen odanin alani

m Sistemdeki toplam sogutucu sarj siniri
(a) All other floors(=Tum diger katlar)
(b) Lowest underground floor(=En dustk yer alti kati)
(c) Effective installation height(=Etkili montaj yuksekligi)

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

Adim 3 — Sistemdeki toplam sogutucu miktarini belirleyin:

Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] O~ |kg
GWP: xxx
o- T

(2]
9 90:0- |k
I !1 ,ﬁl Gv:::’;kg = tc?)zeq

Toplam sarj=Fabrika sarji @+ilave sarj ®=3,4 kg+R"

@ R degeri (sarj edilecek ilave sogutucu) "19.4 ilave sogutucu miktarini belirlemek

icin" [» 100] boluminde hesaplanir.

Adim 4 - Sistemdeki toplam sogutucu sarji, bir i¢ Gnitenin monte edildigi veya farkli
bir odaya monte edilmis kanalli bir i¢ Unitenin hizmet verdigi her odaya ait
sogutucu sarj limitinin en dustk degerinden daha az OLMALIDIR. DEGILSE
kurulumu degistirin (asagidaki seceneklere bakin) ve yukaridaki adimlarin timuna

tekrarlayin.

1. Toplam sarji kisitlayan odanin alanini artirin.

VEYA

2. Sistem dUzenini degistirerek boru uzunlugunu azaltin.

VEYA

3. Unitenin veya kanalin montaj yiiksekligini artirin.

VEYA

4. Yardrlukteki mevzuatta aciklandigir sekilde ilave karsi dnlemler ekleyin.

ic Gnite icin SVS cikisi veya opsiyonel cikis PCB'si, ek karsi 6nlemleri (6rn.
mekanik havalandirma) baglamak ve etkinlestirmek icin kullanilabilir.

Daha fazla bilgi icin bkz. "20.3 Harici ¢ikislar baglamak icin" [» 116].

VEYA

5. VRV Xpress'te daha ayrintili hesaplamalarla sisteme ince ayar yapin.

DIKKAT
Sistemdeki toplam sogutucu sarj miktari HER ZAMAN 79.8 kg'dan az OLMALIDIR.

Ornek 1:
Oda

A B C D
Alan [m?] 20 30 50 50
Montaj yiksekligi [m] 3,5 2,2 1,8 2,5
En dislk yer alti zemini — — ° °
Diger katlar ° ° — —
Sarj siniri [kg] 21,0 | 20,2 25,3 28,8
Sistem sarj siniri [kg] 20,2
Sistem sarji [kg] 22,0
Karar verme X

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

——1__1b
A
4 b
a B
— b H__1b
Cc D
a D|§ Unite
b ¢ Unite
A/B/C/D 0Oda A/B/C/D
Ornek 2:
Oda
A B C D
Alan [m?] 10 20 10 20
Montaj yUksekligi [m] 3,0 2,2 3,0 2,2
En dlsik yer alti zemini — — ° °
Diger katlar ° ° — —
Sarj siniri [kg] 9,0 15,0 6,9 10,1
Sistem sarj siniri [kg] 6,9
Sistem sarji [kg] 6,5
Karar verme v
——1__1b
A
4 1b
a B
— b o 1b
Cc D
a Dislnite
b ¢ Unite
A/B/C/D 0Oda A/B/C/D
Ornek 3:
Oda
A B
Alan [m?] 20 30
Montaj yUksekligi [m] 2,5 2,5
En dislk yer alti zemini — —
Diger katlar ° °
Sarj siniri [kg] — 22,3
Sistem sarj siniri [kg] 22,3
Sistem sariji [kg] 20,0
Karar verme v
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

b —H—— |
a vt
A B
a Disunite
b g unite
A/B Oda A/B
Ornek 4:
Oda
A B
Alan [m?] 8 20
Montaj yiksekligi [m] 2,5 2,5
En dUsUk yer alti zemini — —
Diger katlar ° °
Sarj siniri [kg] 6,0 15,0
Sistem sarj siniri [kg] 6,0
Sistem sarji [kg] 12,0
Karar verme X

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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16 | R32 Uniteler icin 6zel gereklilikler

Akis semasi

Oda boyutunun gereksinimleri
karsilayip karsilamadigini
kontrol edin

v

Bir i¢ Unitenin monte edildigi veya
baska bir odadaki kanalli bir i¢
Unitenin hizmet verdigi tim odalar
icin oda alanlarini belirleyin.
Yukaridaki metindeki 1. adima bakin.

Alm? l

Yeralti kati ve diger katlar icin
toplam sarj sinirini grafiklerden
elde edin.

Yukaridaki metindeki 2. adima bakin.

Toplam sarj
siniri [kg]

Sistemin toplam sarj miktarini
belirleyin. Yukaridaki
metindeki 3. adima bakin.

Toplam sarj
miktari [kg] Kurulumu degistirin:
1. Oda alanini artirin.
VEYA
2. Duzeni degistirerek boru uzunlugunu
azaltin.
VEYA

3. Unitenin montaj yiiksekligini veya
kanalin yliksekligini artirin.
VEYA
4. Yiururlikteki mevzuatta agiklandigi
sekilde ilave karsi 6nlemler ekleyin.
VEYA
5. VRV Xpress'te daha ayrintili hesapla-
malarla sisteme ince ayar yapin.

Yukaridaki metindeki 4. adima bakin.

Toplam sarj miktar
<
Toplam sarj sinin?

Kurulumu baslat
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17 Unite montaji

UYARI

Kurulum, bu R32 ekipmani icin gecerli olan gerekliliklere uygun OLMALIDIR. Daha
fazla bilgi icin bkz. "3.1 R32 sogutucu kullanan ekipmanlar icin talimatlar" [» 17].

Bu bolimde
17.1  MoONta] SANASININ NAZITTANMEST ...ttt ettt ettt ettt ekttt s s ke st et et s e eses st es st es et eneeens 68
17.1.1  Dis Unite montaj sahasi gereksinimleri 68
17.1.2  Soguk iklimler igin dis Uniteyle ilgili ilave montaj sahasi gereksinimleri 71
17.2  Unitenin agilmasi ve kapatiimasi 72
17.2.1  Unitelerin agiimasi hakkinda 72
17.2.2  Dis Uniteyi agmak igin 72
17.2.3  Dis Uniteyi kapatmak igin 73
17.3  Dis Unitenin montaji 73

17.3.1  Dig Uniteyi monte etme hakkinda

17.3.2  Dis Unitenin monte edilmesi sirasinda alinmasi gereken énlemler .
17.3.3  Montaj yapisini saglamak icin

1734 Dis Uniteyi monte etmek igin
17.3.5  Tahliyeyi saglamak igin

17.3.6  Dis Unitenin dismesini 6nlemek igin

17.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

UYARI
Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler, calisan bir gazli gereg veya

calisan bir elektrikli isitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

Unitenin rahatca iceri ve disari tasinmasina izin veren bir bosluga sahip montaj
konumu secin.

Uniteyi siklikla calisma alani olarak kullanilan yerlere monte ETMEYIN. Cok toz
clkaran insaat isleri (6rn. taslama isleri) yapilmasi halinde Unitenin Gzeri
ORTULMELIDIR.

17.1.1 Dis Unite montaj sahasi gereksinimleri

. BILGi
l Asagidaki gereksinimleri de okuyun:

= Genel montaj yeri gereksinimleri. Bkz. "2 Genel gtivenlik onlemleri" [» 8].
= Servis boslugu gereksinimleri. Bkz. "28 Teknik veriler" [» 153].

= Sogutucu borusu gereksinimleri (uzunluk, yukseklik farki). Bkz. "18.1.1 Sogutucu
boru gereksinimleri" [» 77].

BiLGI
Profesyonel olarak monte edilip bakimi yapildiginda ekipman, ticari ve hafif
endustriyel konum gerekliligini yerine getirir.

iKAZ
Cihaz genel halkin erisimine acik DEGILDIR. Kolay erisime karsi korunan, givenli bir

alana monte edin.

i @

Bu Unite ticari ve hafif endustriyel ortamda montaj icin uygundur.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Dis Unite vyalnizca dis mekanda kurulum ve asagidaki ortam sicakliklari icin
tasarlanmistir:

Isitma —20~21°C DB
—-20~15,5°C WB
Sogutma —-5~46°C DB

Not: Dis Unitenin i¢ mekan kurulumu icin ilgili mevzuati kontrol edin.

DIKKAT
Bu kilavuzda tanimlanan ekipman, radyo frekans enerjisinden Uretilen elektronik

glrultiye neden olabilir. Ekipman, bu tur girisime karsi yeterli koruma saglamak
Uzere tasarlanmis olan spesifikasyonlara uymaktadir. Bununla birlikte, belirli bir
montajda girisim olusmayacagi garanti edilemez.

Bu nedenle ekipmanin ve elektrik kablolarinin  mdzik setlerinden, kisisel
bilgisayarlardan, vs. uygun mesafeyi koruyacak sekilde uzakta monte edilmesi
onerilir.

Kisisel bilgisayar veya radyo

Sigorta

Toprak kagak koruyucu

Kullanicr arabirimi

ic Unite (yalnizca agiklama amachdir)
Dis Unite

-0 Q0 T O

Zayif alis bolgelerinde diger ekipmanlarin elektromanyetik bozan etkeninden
kacinmak icin 3 m veya daha fazla mesafe birakin bunun yanisira glc ve iletim
hatlari icin kablo borulari kullanin.

Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk birakin.

Montaj sahasinin Unitenin agirligina ve titresimine dayanabileceginden emin
olun.

ilgili alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma acikliklarini
KAPATMAYIN.

Unitenin diiz durdugundan emin olun.

Yagmurdan mimkin olabildigince korunmus bir yer segin.

Bir su kacagl durumunda, montaj mahalli ve cevresinde herhangi bir zarar
olusmamasini saglayin.

Unitenin hava girisinin hakim riizgar yéniine dogru konumlanmis olmadigindan
emin olun. Cepheden esen riizgar Unitenin calisma duzenini bozacaktir.
Gerekirse, rlzgari engellemek icin bir siper kullanin.

Alt yapiya su drenajlari ilave ederek ve yapida su tutulmasini énleyerek suyun
alana zarar vermemesini temin edin.

Calisma sesinin veya Uniteden c¢ikan sicak/soguk havanin kimseyi rahatsiz
etmeyecegi bir yer secin; konum gecerli mevzuata uygun secilmelidir.

Isi esanjorl kanatciklari keskindir ve yaralanmalara yol agabilir. Yaralanma riskinin

bulunmadigi (6zellikle cocuklarin oyun oynadiklari alanlarda) bir montaj konumu
secin.

Uniteyi asagida belirtilen yerlerde monte ETMEYIN:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
69



17 | Unite montaji

Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

Elektromanyetik  dalgalar  yayan makinelerin bulundugu  ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanin ariza
yapmasina neden olabilir.

= Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacaklari, karbon fiberi, tutusabilir
tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

Korozif gazlarin (6rnek: stlfirik asit gazi) bulundugu ortamlar. Bakir borularin
veya lehimlenmis parcalarin korozyonu sogutucu akiskan kacaklarina neden
olabilir.

= Atmosferde mineral yag bugusu, spreyi veya buharinin bulunabilecegi yerler.
Plastik parcalar bozulabilir ve disebilir veya su sizintisina neden olabilir.

= Sese duyarli alanlar (6r. yatak odasi yakini), boylece calisma sesi rahatsizlik
yaratmayacaktir.

Not: Ses gercek montaj sartlari altinda olgulirse, olcllen deger cevresel glrilta
ve ses vyansimalarindan dolayl veri kitabindaki Ses spektrumu boliminde
belirtilen ses basinci seviyesinden daha yiksek olacaktir.

. BiLGI
l Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

Unitenin kullanim &mrini kisaltacagindan, Gnitenin su alanlara monte edilmesi
ONERILMEZ:

= Gerilim dalgalanmalarinin yiksek oldugu yerler
= Araclarda veya gemilerde
= Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

Deniz kenarinda montaj. Dis Unitenin dogrudan deniz rizgarlarina maruz
KALMADIGINDAN emin olun. Bunun nedeni dnitenin émrini kisaltabilecek
havadaki ylksek tuz dizeylerinden kaynakli korozyonun énlenmesi icindir.

Dis Uniteyi dogrudan gelen deniz riizgarlarindan korunacak sekilde monte edin.

Ornek: Binanin arkasina.

o | []

3
H HHHBHH

a Denizrlzgari
b Bina
c Dis Unite

Dis Unite dogrudan gelen deniz rlzgarlarina maruz kaliyorsa, bir rlzgar kirici
montaji yapilmalidir.

= Ruzgar kirici yUksekligi 21,5x dis Unite yUksekligi

= RUzgar kiriciyi monte ederken servis alani gereksinimlerine dikkat edin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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o
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[ 1]

Deniz ruzgari
Bina

Dis Unite
Rizgar kirici

Q. n TO

Dis Unitenin hava ¢ikisina dogru esen kuvvetli rizgarlar (=18 km/sa) kisa devreye
(desarj havasinin emilmesine) neden olur. Bu da sunlara yol acabilir:

= calisma kapasitesinin dismesi;
= 1sitma modunda sik stk buzlanmanin artmasi;
= alcak basing dusisU veya yiksek basing artisi nedeniyle calismanin kesilmesi;

= fan arizasi (fana sirekli olarak kuvvetli bir rizgar eserse, cok hizli bir sekilde
donmeye baslayabilir ve bozulabilir).

Hava cikisi riizgara maruz kaliyorsa, bir oluklu plaka monte edilmesi 6nerilir.

Dis Unitenin hava girisi duvara bakacak sekilde monte edilmesi énerilir, KESINLIKLE
dogrudan riizgara maruz kalmamalidir.

a Deflektor plakasi
b Hakim rizgar yonu
¢ Hava gikisi

17.1.2 Soguk iklimler icin dis Uniteyle ilgili ilave montaj sahasi gereksinimleri

Dis Uniteyi dogrudan kar yagisina karsi koruyun ve dis nitenin KESINLIKLE karla
kaplanmasina izin vermeyin.

RXYSA4~6B7V/Y1B 'DA’K’N Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Kar kapagi veya brandasi

Kaide (minimum yukseklik=150 mm)
Hakim rizgar yonu

Hava cikisi

o n T O

Isi esanjord ile Unitenin muhafazasi arasinda kar birikerek donabilir. Bu durum
isletme verimini dusdrebilir. Bunun nasil 6nlenecegine iliskin talimatlar icin
(Unitenin monte edilmesinden sonra), bkz. "17.3.5 Tahliyeyi saglamak icin" [» 75].

DIiKKAT
Unite yiksek nem orani kosullari ile dustk dis ortam sicakhginda calistirilirken,

opsiyonel alt plaka isitici kullanilarak Gnitenin drenaj deliklerinin acik tutulmasina
yonelik énlemlerin alindigindan emin olun (bkz. "15 Uniteler ve secenekler
hakkinda" [» 53]).

17.2 Unitenin aciimasi ve kapatiimasi

17.2.1 Unitelerin acilmasi hakkinda

Bazi zamanlarda Uniteyi acmaniz gerekir. Ornek:

= Sogutucu boru baglantisi yapilirken

= Elektrik kablolarini baglarken

= Unitede bakim veya servis calismalari gerceklestirirken

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi
Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE initenin basindan ayrilmayin.

17.2.2 Dis Uniteyi agmak icin

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

C TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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17.2.3 Dis Uniteyi kapatmak icin

DIKKAT
Dis Unite kapagini kapatirken, sikma torkunun 4,1 Nem degerini GECMEDIGINDEN

emin olun.
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17.3 Dis Unitenin montaji

17.3.1 Dis Uniteyi monte etme hakkinda

Tipik is akisi

Dis Unitenin monte edilmesi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:
1 Montaj yapisinin saglanmasi.

2 Dis Unitenin monte edilmesi.

3 Tahliyenin saglanmasi.

4 Unitenin diismesinin énlenmesi.

17.3.2 Dis Unitenin monte edilmesi sirasinda alinmasi gereken énlemler

BiLGi

°
l Ayrica, asagidaki bolimlerde acgiklanan 6nlemleri ve gereksinimleri okuyun:

= "2 Genel glvenlik 6nlemleri" [» 8]

= "17.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi" [» 68]

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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17.3.3 Montaj yapisini saglamak igin

Montajin yapilacagl zeminin mukavemetini ve dizIliglni kontrol edin, aksi takdirde
Unite, calisma titresimlerine veya ylksek calisma seslerine neden olabilir.

Uniteyi temel cizimine uygun olarak temel civatalariyla saglam sekilde sabitleyin.

Asagidaki gibi 4 takim kaide civatasi, somun ve pul (sahadan temin edilir) hazirlayin:

a Unitenin alt plakasinin drenaj deliklerinin kapatmadiginizdan emin olun.

. BILGI
l Civatalarin cikintili Gst boltmlerinin yiksekliginin 20 mm olmasi énerilir.

DIKKAT
Dis Uniteyi plastik pullarla (a) somunlar kullanarak kaide civatalarina sabitleyin.

Baglanti bolgesi izerindeki kaplama soyulmussa, metal kolayca paslanabilir.

[

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17.3.4 Dis Uniteyi monte etmek icin

>

--=—-@-@-

17.3.5 Tahliyeyi saglamak icin

= Yogusma suyunun dogru sekilde tahliye edilebildiginden emin olun.

= Uniteyi buz olusumunun engellenmesi icin uygun bir drenaj saglanabilecek bir
temele yerlestirin.

Unite etrafindaki atik suyu tahliye etmek icin temel etrafinda bir su drenaj kanali
hazirlayin.

= Drenaj suyunun insanlarin yUrGddgu yerlere akmamasina dikkat edin, aksi
takdirde sifirin altindaki dis ortam sicakliklarinda bu yerler KAYGANLASABILIR.

= Uniteyi bir kasa (izerine monte ediyorsaniz, Gnitenin icine su girmesini ve drenaj
suyunun damlasini énlemek igin Gnitenin 150 mm altina bir su gecirmez plaka
takin (asagidaki sekle bakin).

° BiLGi

l Gerekirse, drenaj suyunun damlamasini 6nlemek icin bir drenaj tavasi (sahada temin
edilir) kullanabilirsiniz.

DIiKKAT

Unite tam seviye monte EDILEMEZSE, egimin (initenin arkasina dogru oldugundan

daima emin olun. Dogru drenaji garanti etmek icin bu islem gereklidir.

DIiKKAT

Dis Unitenin drenaj delikleri montaj tablasi veya zemin yizeyi ile kapaniyorsa, dis
Unitenin altinda 150 mm'den fazla bir bos alan olusturmak icin tniteyi yikseltin.

2150 mm

NI
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Drenaj delikleri (6l¢liler mm cinsindendir)
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Tahliye tarafi

Ankraj noktalari arasindaki mesafe
Alt govde

Drenaj delikleri

Kar icin montaj deligi

mOOow>

Kar

Kar yagisi alan bolgelerde, isi esanjort ile Unitenin muhafazasi arasinda kar
birikerek donabilir. Bu durum isletme verimini disUrebilir.

BiLGi

°
l Unite soguk iklimlerde monte edildiginde opsiyonel alt plaka isiticiyr (EKBPH250D7)
takmaniz énerilir.

17.3.6 Dis Unitenin dismesini dnlemek icin

Unite glicli riizgar tarafindan devrilebilecek bir yere monte edilmisse, su énlemleri
alin:

1 Asagidaki sekilde gosterildigi gibi 2 adet kablo (sahada temin edilir) hazirlayin.
2 2 kabloyu dis Unite Uzerinden gecirin.

3 Kablolarin boyaya zarar vermesini énlemek icin, kablolar ile dis Unite arasina
kaucuk bantlar (sahada temin edilir) yerlestirin.

Kablolarin uclarini takin.

Kablolari sikin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Boru tesisatl

iIKAZ
Bu montajin tim guvenlik dizenlemelerine uygun oldugundan emin olmak icin bkz.
"3 Ozel montdr giivenlik talimatlari" [» 14].

Bu bolimde

18.1  Sogutucu borularinin hazirlanmasi

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2  Sogutucu borularinin baglanmasi

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

18.3  Degistirme durumunda boru ayrintilari ...
18.4  Sogutucu akiskan borularinin kontrol ....

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Sogutucu boru gereksinimleri..
Sogutucu borularinin malzemesi

Sogutucu borularinin yaltimi...

Boru ebadini segmek igin

Sogutucu brangman kitlerini segmek igin

Sogutucu boru uzunlugu ve yukseklik farki

Sogutucu borularinin baglanmasi hakkinda

Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler....

Boru bikme esaslart.......ccooovivvviciiiiiie

Uglari ezilmis borulari sokmek igin

Boru ucuna sert lehim yapmak igin

Stop vanasl ve servis agzi kullanimi ....

Sogutucu borularini dis Uniteye baglamak igin

Sogutucu brangman kitini baglamak igin

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi hakkinda

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Genel esaslar ...

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Kurulum

Kagak testini yapmak igin.
Vakumla kurutma yapmak igin.

18.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi

R410A Unitesinin  degistiriimesi  durumunda, Onemli bilgiler icin ayrica
"18.3 Degistirme durumunda boru ayrintilar" [» 90] bolimine bakin.

18.1.1 Sogutucu boru gereksinimleri

DiKKAT

Borular ve diger basing igerikli pargalar sogutucu icin uygun olacaktir. Sogutucu
borulariigin fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

i @

BiLGI
Ayrica, "2 Genel givenlik onlemleri" [» 8] boéliminde agiklanan onlemleri ve
gereksinimleri okuyun.

= Borularin icindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil) <30 mg/10 m'den
daha az olmalidir.

18.1.2 Sogutucu borularinin malzemesi

Boru malzemesi

Fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
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Havsali baglantilar

Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

Boru sertlik derecesi ve et kalinhgi

Dis cap (@) Sertlik derecesi Kalinhk (t)®
6,4 mm (1/4") Tavlanmis (O) >0,80 mm 2 .
9,5 mm (3/8") @k

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Tavlanmis (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Yari sert (1/2H) >0,80 mm

@ lgili mevzuata ve (nitenin maksimum calisma basincina (bkz. Ginitenin isim plakasi
Gzerindeki "PS High") bagli olarak daha buytk boru kalinhgi gerekebilir.

18.1.3 Sogutucu borularinin yalitimi

= Yalitim kalinhgi:

Ortam sicaklig Nem Maksimum kalinlik
<30°C %75 ila %80 RH 15 mm
>30°C >%80 RH 20 mm

18.1.4 Boru ebadini secmek icin

Asagidaki tablolari ve referans sekli (yalniz gbsterim icin) kullanarak uygun ebadi
belirleyin.
VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Disunite
2 Sogutucu bransman kitleri
3-1~3-4 VRV DX ¢ Uniteler
A Dis Unite ile (birinci) sogutucu bransman kiti arasindaki borular
B-1, B-2 Sogutucu bransman kitleri arasindaki borular
C-1~C-4 Sogutucu bransman kiti ile i¢ Gnite arasindaki borular
Gereken boru ebatlarinin (in¢ olctleri) bulunmamasi halinde, asagidakileri goz

onlnde bulundurarak diger caplarin (mm olguleri) kullanilmasina da izin verilir:
= Gerekli olan ¢apa en yakin boru 6l¢isini segin.
= incten mm borulara geciste uygun adaptérler kullanin (sahadan temin edilir).

= ilave sogutucu hesaplamasi "19.4 ilave sogutucu miktarini belirlemek icin" [» 100]
bahsinde belirtildigi gibi dizenlenmelidir.

A: Dis iinite ile (birinci) sogutucu bransman kiti arasindaki borular

Dis Unite ile en uzak i¢ Unite arasindaki esdeger boru uzunlugu 90 m veya daha
fazla oldugunda (b+d), ana gaz borusunun o6lclsi (b) buytttlmelidir (blylk ebat).
Onerilen gaz borusu (biyik ebat) bulunamazsa, standart ebat kullanilmalidir (bu
durum kicuk bir kapasite dustklGgi ile sonuglanabilir).

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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| 1 L

a Dig Unite

b Ana gaz borusu (uzunluk b+d > 90 m ise boru ebadini blydtin)
¢ Birinci sogutucu bransman Kkiti

d ¢ tnite ile birinci sogutucu bransman kiti arasindaki borular

e Enuzakig lnite

Dis linite kapasite Boru dis ¢ap olgiisii [mm]
tipi (HP) Gaz borusu Sivi borusu
Standart Biiyuk ebat (yalniz
lbl)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Sogutucu brangman kitleri arasindaki borular

Asagl yonde bagli olan i¢ Unite toplam kapasite tipine gore asagidaki tablodan
secin. Baglanti borularinin, genel sistem model adi ile secilen sogutucu boru ebadini
asmasina izin vermeyin.

i¢ Uinite kapasite endeksi Boru dis ¢ap olgiisii [mm]
Gaz borusu Sivi borusu
0<x<182 15,9 9,5

Ornek: B-1 icin asagl yondeki kapasite = (inite 3-1 kapasite endeksi + (nite 3-2
kapasite endeksi

C: Sogutucu brangman kiti ile ig linite arasindaki borular

ic Uniteler Gzerindeki baglantilarda (sivi, gaz) bulunan caplarin aynisini kullanin. ig
Unitelerin caplari su sekildedir:

i¢ linite kapasite endeksi Boru dis ¢ap olgisii [mm]
Gaz borusu Sivi borusu
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 Sogutucu bransman kitlerini segcmek icgin

Boru tesisat 6rnegi icin bkz. "18.1.4 Boru ebadini secmek icin" [» 78].

ilk bransmandaki refnet baglanti (dis iiniteden sayildiginda)

Dis Unite tarafindan sayildiginda birinci bransmanda refnet baglantilar kullanirken,
dis Unitenin kapasitesine gdre asagidaki tablodan secin. Ornek: Refnet baglanti
A->B-1.

Dis Uinite kapasite tipi (HP) Sogutucu brangman Kkiti
4~6 KHRQ22M20TA

Diger bransmanlardaki refnet baglantilar

Birinci bransman disindaki refnet baglantilar icin, sogutucu bransmanindan sonra
baglanmis olan tim i¢ Unitelerin toplam kapasite endeksi dogrultusunda uygun
bransman kiti modelini secin. Ornek: Refnet baglanti B-1->C-1.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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i¢ tinite kapasite endeksi Sogutucu brangman kiti
<182 KHRQ22M20TA

Refnet kolektorler

Refnet kolektorler icin refnet kolektorin altinda bagh olan tim i¢ tnitelerin toplam
kapasitesine gore asagidaki tablodan secim yapin.

i¢ linite kapasite endeksi Sogutucu brangman Kkiti
<182 KHRQ22M29H
* BiLGI
l Bir kolektore maksimum 8 bransman baglanabilir.

18.1.6 Sogutucu boru uzunlugu ve ylkseklik farki

Yalniz VRV DX ig liniteler ile baglanti

Boru uzunluklari ve yikseklik farklari asagidaki gereksinimlere uygun olmaldir.
Not: Ayni boru kisitlamalari EKVDX Uniteleri icin gecerlidir

Gereklilik Sinir

Maksimum gergek boru uzunlugu 120 m

= Ornek 1, Unite 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Sinir
= Ornek 2, Unite 6: a+b+h<Sinir

= Ornek 2, Unite 8: a+i+k<Sinir

= Ornek 3, Unite 8: a+i<Sinir

Maksimum esdeger boru uzunlugu® 150 m

Maksimum toplam boru uzunlugu 300 m
= Ornek 1: atb+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Sinir

Maksimum uzunluk birinci brangman kiti-ig linite 40m
= Ornek 1, Unite 8: b+c+d+e+f+g+p<Sinir
= Ornek 2, Unite 6: b+h<Sinir

= Ornek 2, Uinite 8: i+k<Sinir

= Ornek 3, Unite 8: i<Sinir

Maksimum yiikseklik farki dis-i¢ | Dis icten daha ylksek 50m
= Ornekler: H1<Sinir

Dis icten daha alcak 40m

@ Esdeger boru uzunlugunu refnet baglanti=0,5 m ve refnet kolektér=1 m (sogutucu sarj
hesaplamalariicin degil esdeger boru uzunlugu hesaplama amaciyla) olarak kabul edin.

18-1 Ornek 1: yalniz refnet baglantilar halinde

<4 Refnet baglanti
1~8 VRV DXig Uniteler

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18-2 Ornek 2: refnet baglantilar ve kolektdr halinde

<A Refnet baglant
> Refnet kolektor
1~8 VRV DXig Uniteler

18-3 Ornek 3: yalniz refnet kolektér halinde

C—> Refnet kolektor
1~8 VRV DX g Uniteler

VRV DX i¢ Uiniteler ve klima santralleri ile baglanti (karisik yerlesim) ve sadece
¢oklu klima santralleri ile baglanti (coklu yerlesim)

. BILGI
l Asagidaki sekil sadece drnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

Dis Unite

VRV DX i¢ Unite

Klima santrali (AHU)
EKEXVA kiti

VRV DX i¢ Unite (kanal)

D Qn TO

Boru Maksimum uzunluk (gercek/esdeger)

Dis Uniteden veya son coklu dis boru 50 m/55 m®
bransmanindan gelen en uzun boru
(A+B, A+C, A+D)

Birinci bransmandan sonraki en uzun 40 m
boru (B, C, D)
Toplam boru uzunlugu 300m

@ izin verilen minimum uzunluk 5 m'dir.
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Sadece bir klima santrali ile baglanti (cift yerlesim diizeni)

Boru Maksimum uzunluk (gercek/esdeger)

Dis Giniteden veya son ¢oklu dis boru 50 m/55 m®@
bransmanindan gelen en uzun boru

Toplam boru uzunlugu 150 m®

@ izin verilen minimum uzunluk 5 m'dir.
®) Gecmeli 1si esanjoriine sahip bir AHU durumunda tige kadar boru bransmani mimkindiir.

izin verilen yiikseklik farki

Terim Tanim Yiikseklik farki [m]

H1 Dis ve ic Uniteler 50/40%
arasindaki yukseklik farki 40/40"

H2 ic Uniteler arasindaki 15
yUkseklik farki

H3 EKEXVA-— kitleri ile AHU 5
Uniteleri arasindaki
yUkseklik farki

@ izin verilen yikseklik farki dis Ginitenin i¢ tniteden daha yiiksek yerlestirilmesi halinde 50 m
ve dis Unitenin i¢ Uniteden daha algak yerlestirilmesi halinde 40 m'dir. Yalniz VRV DX i¢
Gniteler kullanilirsa, dis ve i¢ Uniteler arasindaki izin verilen yikseklik farki ilave bir
opsiyonel kit ihtiyaci olmaksizin 90 m'ye cikarilabilir. Bu durumda asagidaki tim kosullarin
karsilandigindan emin olun:

Dis linite ig linitelerden daha yukarida yerlestirilmistir:
* Sivi borularinin ebadini blyutin (daha fazla bilgi igin bkz. "18.1.4 Boru ebadini segmek igin" [» 78])
* Dis Unite ayarini etkinlestirin. Daha fazla bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

Dis linite i¢ linitelerden daha agagida yerlestirilmistir:

* Siwvi borularinin ebadini blyutin (daha fazla bilgi igin bkz. "18.1.4 Boru ebadini segmek igin" [» 78])
* Dis Unite ayarini etkinlestirin. Daha fazla bilgi igin servis kilavuzuna bakin.

VRV DX i¢ Uniteleri ile AHU'larin karisimi, cokluAHU'lar (EKEXVA+EKEA kitleri) ve ayrica
sadece bir AHU baglantisi icin.

(b!

18.2 Sogutucu borularinin baglanmasi

DIKKAT

Gerekli baglanti parcalarini belirlemek icin Uniteyi ve saha borularinin boyutlarini
kontrol edin.

18.2.1 Sogutucu borularinin baglanmasi hakkinda

Sogutucu borularinin baglantisi yapilmadan 6nce

Dis ve i¢ Unitelerin monte edildiginden emin olun.

Tipik is akisi

Sogutucu borularinin baglanmasi sunlari kapsar:
= Sogutucu borularinin dis Uniteye baglanmasi

= Sogutucu bransman kitlerinin baglanmasi

= Sogutucu borularinin i¢ Unitelere baglanmasi (i¢c Unitelerin montaj kilavuzlarina
bakin)

= Sogutucu borularinin yalitimi

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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18.2.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler

= Su konulardaki ilkeleri unutmamak gerekir:

- Boru kivrimlari

- Boru uclarina havsa agilmasi

- Sert lehim

Stop vanalarinin kullanimi

c TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

DIKKAT
Bu niteye, kullanim émriinii garanti etmek icin KESINLIKLE kurutucu monte etmeyin.

Kurutma malzemesi ¢ozlinerek sisteme zarar verebilir.

DIKKAT
Sogutucu akiskan borulariyla ilgili olarak su hususlari dikkate alin:

Sogutucu dongusune belirtilen sogutucu akiskan disinda baska higbir seyin (6rn.
hava) karismamasini saglayin.

Sogutucu ilave ederken, yalniz R32 kullanin.

Basinca dayanikl olmasi ve yabanci maddelerin (6rn. mineral yaglar ve nem)
sisteme karismasinin 6nlenmesi icin yalnizca R32 kurulumlari icin 6zel olarak
tasarlanmis montaj aletleri (6rn. manifold gosterge seti) kullanin.

Boru tesisatini pislik, sivi veya toz girisi 6nlenecek sekilde asagidaki tabloda
aciklandigi gibi koruyun.

Bakir borulari duvarlardan gegirirken dikkatli olun.

Unite Montaj donemi Koruma yontemi
Dis Unite >1ay Boruyu ezin
<1ay Boruyu ezin veya bantlayin
ic Unite Doneme bagli olmaksizin

DIKKAT
Sogutucu akiskan borularini kontrol etmeden KESINLIKLE sogutucu akiskan kesme

vanasini agmayin. ilave sogutucu akiskan doldurmaniz gerekiyorsa, sogutucu akiskan
kesme vanasini doldurma isleminden sonra agmaniz énerilir.

18.2.3 Boru bikme esaslari

Bikme icin bir boru bikme aleti kullanin. Tim boru dirsekleri mimkin oldugunca
yumusak gecisli olmalidir (dirsek yarigapi 30~40 mm veya daha yiksek olmalidir).

18.2.4 Uclari ezilmis borulari sokmek igin

UYARI
Stop vanasi iginde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu firlatabilir.

Asagidaki prosediirde yer alan talimatlara tam anlamiyla uyulmamasi sartlara bagl
olarak ciddi olabilecek maddi hasar veya kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Ucu ezilmis boruyu sokmek icin asagidaki prosedirt kullanin:

RXYSA4~6B7V/Y1B
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1 Stop vanalarinin tam kapali oldugundan emin olun.

2 Tum stop vanalarinin servis agzina bir manifold Gzerinden vakumlama/geri
kazanma Unitesini baglayin.

T
o4 a
S
a - b
b

a Servis agzi
b Stop vanasi

3 Bir gaz toplama Unitesi kullanarak ucu ezilmis borudan gaz ve yagi toplayin.

iKAZ
Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.

4 Ucu ezilmis borudan tim gaz ve yag toplandiginda sarj hortumunu sokin ve
servis agizlarini kapatin.

5 Gaz ve sivi stop vanasl borularinin alt kismini siyah cizgiden kesip cikarin.
Uygun bir alet kullanin (6rn. boru kesicisi).

Hicbir zaman ucu ezilmis borulari sert lehim islemi ile SOKMEYIN.

Stop vanasi icinde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu firlatabilir.

6 Toplama isleminin bitirilmemis olmasi halinde, saha borularinin baglantisina
gecmeden Once yagin tamami disari akana kadar bekleyin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18.2.5 Boru ucuna sert lehim yapmak icin

DIKKAT
Saha borularinin baglantisi yapilirken dikkat edilecekler. Sert lehim malzemesini

sekilde gosterildigi gibi besleyin.
<@25.4

1

X

= Sert lehim vyaparken, borularin icinde blylk miktarlarda oksitlenmis film
olusumunu engellemek icin azotla Gfleme yapin. Bu film sogutma sistemindeki

vana ve kompresorler Uzerinde olumsuz etki yaratir ve dizgln calismalarina mani
olur.

= Bir basin¢ disirme vanasi ile azot basinci 20 kPa (0,2 bar) olarak (ciltte
hissedilebilecek kadar) ayarlanmahdir.

a b c d e

ST

a Sogutucu borulari

b Sert lehim uygulanacak kisim

¢ Bantlama

d Mandiel vana

e Basing dustrme vanasi

f Azot

= Boru baglantilarina sert lehim uygularken oksitlenme 6nleyiciler KULLANMAYIN.
Artiklar borulari tikayabilir ve ekipmanlari bozabilir.

= Sogutucu borularinda bakirla bakiri sert lehim yaparken dekapan KULLANMAYIN.
Dekapan GEREKTIRMEYEN fosfor bakir sert lehim dolgu alasimi (BCuP) kullanin.

Sogutucu boru sistemleri Uzerinde dekapan son derece zararli bir etkiye sahiptir.
Ornegin, klor bazli dekapan kullanildiginda, boruda korozyona yol acar ya da
ozellikle dekapan flor icerdiginde sogutucu yagina zarar verecektir.

= HER ZAMAN lehimleme sirasinda cevredeki yuzeyleri (6rn. yalitim kopUgi)
Isinmaya karsi koruyun.

18.2.6 Stop vanasi ve servis agzi kullanimi

Stop vanasi islemi igin
Su hususlarr dikkate alin:
= Gaz ve slvi stop vanalari fabrikada kapatiimistir.
= isletim sirasinda tim stop vanalarini acik tuttugunuzdan emin olun.

= Asagidaki sekiller stop vanasi islemleri icin gerekli olan pargalarin isimlerini
gosterir.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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a Servis agzi ve servis agzi kapagi
b Durdurma vanasi

¢ Saha boru baglantisi

d Stop vanasi kapagi

a b

k

e d c

Servis agzl

Stop vanasl kapagi

Altigen delik

Mil

Vana yatagi

= Stop vanasina asiri kuvvet UYGULAMAYIN. Bunun yapilmasi, vana govdesini

kirabilir.

oD QO n T O

Durdurma vanasini agmak/kapatmak igin
1 Stop vanasinin kapagini cikarin.

2 Vana miline bir altigen anahtar takin (sivi tarafi: 4 mm, gaz tarafi: 6 mm) ve
vana milini cevirin:

Acgmak icin saat yonunun tersine
Kapatmak igin saat yonine

3 Stop vanasi daha fazla DONDURULEMEDIGI zaman, cevirmeyi birakin.

4 Stop vanasini aclp kapatirken iyice sikin. Dogru sikma torku degeri icin
asagidaki tabloya bakin.

DIKKAT
Yetersiz tork sogutucu sizintisina veya stop vanasinin kirilmasina neden olabilir.

5 Stop vanasinin kapagini takin.

Sonug: Vana artik acik/kapali konumdadir.

Servis agzi islemi igin
= Servis agzi Schrader tipi bir supap oldugundan, her zaman supap baski pimi
bulunan bir sarj hortumu kullanin.

= Servis agzi isleminden sonra, servis agzi kapagini iyice siktiginizdan emin olun.
Sikma torku icin asagidaki tabloya bakin.

= Servis agzi kapagini siktiktan sonra sogutucu kacak kontroll yapin.
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18.2.7 Sogutucu borularini dis Giniteye baglamak icin

Sitkma torklari

Stop vanasi

Sikma torku [Nem] (kapatmak i¢in saat yoniinde gevirin)

Olglisii [mm]

Mil

Vana govdesi Altigen Baslik (vana Servis agzi
anahtar kapagi)
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
®15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

= Boru uzunlugu. Saha borularini miimkin oldugunca kisa tutun.

= Borularin korunmasi. Saha borularini fiziksel hasara karsi koruyun.

®

DiKKAT

= Sahada borulama islemi yaparken verilen aksesuar borularini kullandiginizdan

emin olun.

® Sahada monte edilen borularin diger borulara, alt panele veya yan panele
dokunmadigindan emin olun. Ozellikle alttan ve yandan baglantida, muhafaza ile
temasini 6nlemek icin borulari uygun izolasyonla korudugunuzdan emin olun.

1 Sunlariyapin:

* (b) vidasini sokerek servis kapagini (a) cikarin.
= Vidalari (d) sokerek boru giris plakasini (c) cikarin.

On
Yan
Arka
Alt

Q n T O
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@
/

RS
St
b b b a b

= Baglanti noktalarina diiz uglu bir tornavida ve bir gekic ile vurarak alt plaka veya
kapak plakasinda bulunan montaj deligini (a) agin.

= [stege bagli olarak, metal testeresi ile yariklari (b) kesip ¢ikarin.

DIiKKAT
Montaj delikleri agilirken dikkat edilecekler:

* Muhafazaya ve altta bulunan borulara hasar vermekten kaginin.

® Montaj deliklerini agtiktan sonra, ¢apaklari almanizi ve paslanmayi énlemek igin
tamir boyasi kullanarak kenarlari ve etrafindaki alanlari boyamanizi dneririz.

® Montaj deliklerinden elektrik kablolarini gecirirken zarar vermemek icin kablolari
koruyucu bantla sarin.

3  Sunlariyapin:

= Aksesuar sivi borusunu (a) sivi stop vanasina baglayin (sert lehim).
= Aksesuar gaz borusunu (b) gaz stop vanasina baglayin (sert lehim).

DIKKAT
Sert lehim yaparken: Once sivi tarafl borularina, ardindan da gaz tarafi borularina

sert lehim yapin. Sert lehim yapmak igin elektrot cubugunu tnitenin 6niinden ve sert
lehim torcunu alev disariya bakacak sekilde sag taraftan sokun. Kompresor ses
yalitimini ve diger borulari isitmaktan kaginin.

Valf i¢ kisimlarinin asiri isinmasini énlemek igin her iki stop vanasini da islak bir bezle
sarin.

a b f g

Elektrot cubugu

Atese dayanikl plaka
Torg

Alev

Kompresor ses yalitimi
Sivi tarafi borulari

Gaz tarafi borulari

0 -~ Q0 T O
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4 Aksesuar dirsekli borulari kullanarak saha borularini aksesuar borularina
baglayin (sert lehim). Dirseklerin yonelimine dikkat edin.

®

DIiKKAT

Her zaman lehimleme sirasinda gevredeki yizeyleri (6rn. kablolar, yalitim kopigd, ...)
Isiya karsi koruyun.

®

DIiKKAT

Sogutucu borularini bagladiktan ve vakumlu kurutma yaptiktan sonra stop vanalarini
actiginizdan emin olun. Sistemin stop vanalari kapali olarak calistirilmasi kompreséri
bozabilir.

18.2.8 Sogutucu bransman kitini baglamak icin

Sogutucu b
bakin.

= Refnet ba
= Refnet ko

Q. n T O

ransman kitinin montaji icin, kit ile birlikte verilen montaj kilavuzuna

glantiyl yatay veya dikey bransman olusturacak sekilde monte edin.
lektord yatay bransman olusturacak sekilde monte edin.

5 Dk
WA

B O=t-a

7

Yatay yuzey

Refnet baglanti dikey monteli
Refnet baglanti yatay monteli
Kolektor
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18.3 Degistirme durumunda boru ayrintilari

DIiKKAT
[2-49] "Yeni montaj veya degisim montaji" saha ayarinin dogru yapildigindan emin

olun.

R32'nin yanici olmasindan dolayi, VRV IV (R410A) sisteminin yerine bu Unitenin
getirilmesi icin i¢ Unitelerin ve kumandalarin da degistirilmesi gerekir (bkz. "16 R32
Uniteler icin 6zel gereklilikler" [» 56]).

DIKKAT
Bir RA DX Unitesinin (mesken tipi klima) mevcut olmasi durumunda, esdeger

kapasitede bir VRV DX unitesiyle degistirilmesi GEREKIR.

.. 3 - =" .
bF:J_\ | bF:L\ er‘\
el e & | &
c@- | - c@

Degistirin:

Isi pompasi dis Unitesi
VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite
¢ Uzaktan kumanda
Tekrar kullanin:
—  Sogutucu borulari
m=m=== Kablo

T o

R410A borulari hakkinda genel bilgi
Bu Unite R410A sogutucu kullanan VRV IV sistemlerinin yerini alabilir. R32
degisikligi mevcut borularda ayarlamalar yapilmasini gerektirir:

= R410A genelde R32 borularindan daha biylk oldugundan, baglanti uyusmazliklari
olusabilir. Gerektiginde rediktorler veya genisleticiler kullanin.

DIiKKAT

Gerekli baglanti pargalarini belirlemek igin Uniteyi ve saha borularinin boyutlarini
kontrol edin.

= Borularin temizligi: R32 ile calistirmadan once gerekirse kalan R410A yagini
gidermek icin mevcut borulari temizleyin.

DIKKAT
Klima santrallerinin tekrar kullanilmasi icin klima santrali Isi esanjorlerinin

temizlenmesi veya degistirilmesi zorunludur.
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Saha borularinin temizlenmesi icin gereklilikler

Unitenin yedek olarak kullanilmasi durumunda, mevcut borularin tekrar kullanilip
kullanilamayacagini ve ek onlemlerin alinmasinin gerekip gerekmedigini kontrol
etmek icin asagidaki akis semasini kullanin.

( Tekrar kullanilan borularin temizlenmesinin gerekip gerekmedigini kontrol etmek igin >

EVET
Toplam uzunluk <35 metre mi?

Unite calisir durumda mi (sogutma HAYIR

modu)?

EVET HAYIR

B <205,5 midir?

HAYIR
Toplam uzunluk <43 metre mi?

EVET EVET

A <205,5 midir?

Maksimum sayida i¢ tUnite ACIK olarak, en yiiksek i¢
fan hizi ve en dlsik ayar noktasi ile 30 dakika
sogutma modunda galigtirin. HAYIR

Y *

v
< Tekrar kullanilan borular igin temizlik gerekmez > < Saha borularinin temizlenmesi(*) gerekir >

*

Saha borularinin temizlenmesi mimkin degilse, akis semasindaki kosullarin yerine getirilmesi icin borularin kismen
veya tamamen degistirilmesi gerekir (asagidaki 6rnege bakin).
A/B A veya B katsayisini hesaplamak i¢in asagidaki formalleri kullanin.

Formiiller

A=[(X,x022,2x5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X;x@9,5%2,15)]
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X;x@15,9x4, 3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X;x@9,5%3,42)]

X,.s @a ebatta gaz borularinin toplam uzunlugu [m]
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Ornek

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Dis unite

2 Sogutucu bransman kitleri
3-1~3-4 VRV DXig Uniteler

A Dis Unite ile (birinci) sogutucu bransman kiti arasindaki borular
B-1,B-2 Sogutucu bransman kitleri arasindaki borular
C-1~C-4 Sogutucu bransman kiti ile i¢ Unite arasindaki borular

Bu ornekte Unite galisir durumda olmadigindan dolayi, akis semasina uygun olarak
'B' katsayisi hesaplanir:  B=[(X;x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X;x@15,9x4,3)+
(X,x@12,7x3,34)+(X.x@9,5x3,42)]

Bu 6rnekte, uzunluklar ve ¢aplar asagidaki gibidir ve 'B' her boru i¢in hesaplanir:

Tekrar kullanilan Gaz borusu gapi Gaz borusu uzunlugu Formil Deger B
boru

A 19,1 mm 10m 10 mx 5,84 58,40

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70
Toplam 65m 251,70

Toplam B > 205,5 = borularin temizlenmesi gerekir.

Borularin temizlenmesinin imkansiz olmasi durumunda, 'A' boliminin gaz ve sivi
borularinin degistirilmesi yeterli olacaktir.

'A' bolimUnln borulari yeni borularla degistirildikten sonra, 'B' katsayisi soyle olur:

Tekrar kullanilan Gaz borusu gapi Gaz borusu uzunlugu Formiil Deger B
boru
A 19 mm 160-m 10-m=5;84 5840
(A'y hesaplamadan gikarin)
B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70
Toplam 55m 193,3

Toplam B < 205,5 - borularin temizlenmesi gerekli DEGILDIR.
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18.4 Sogutucu akiskan borularinin kontroli

18.4.1 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi hakkinda

Sogutucu boru islemleri bitirildi | Hayir
mi?

Y

Boru islemlerini bitirin

l Evet

ic Uniteler ve/veya dis Uniteye Hayir
enerji VERILMIS durumda mi?

Su prosedurd kullanin:

"Yontem 1: Gu¢ ACIK konuma
l Evet getirilmeden énce (normal
yéntem)"

Su prosedird kullanin:
"Yontem 2: Gui¢ AGIK konuma
getirildikten sonra"

Unitelere (dis ve i¢) enerji veriimeden &nce tim sogutucu boru islemlerinin
tamamlanmis olmasi cok onemlidir. Unitelere enerji verildiginde, genlesme vanalari
baslangi¢c durumuna gelecektir. Bu, vanalarin kapanacagi anlamina gelir.

DIKKAT
Saha genlesme vanalari kapali oldugunda saha borularinin ve i¢ tnitelerin kagak testi

ve vakumla kurutulmasi imkansizdir.

Yontem 1: Gii¢ ACIK konuma getirilmeden 6nce

Sisteme henliz enerji verilmemisse, kacak testi ve vakumla kurutma
gerceklestirmek icin 6zel bir islem gerekmez.

Yontem 2: Gii¢ ACIK konuma getirildikten sonra

Sisteme daha oOnceden enerji verilmisse, [2-21] ayarini etkinlestirin (bkz.
"22.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek icin" [» 124]). Bu ayar, sogutucu borularinin gegis
yolunu garantilemek icin saha genlesme valflarini acarak kagak testi ve vakumla
kurutmanin yapilmasini mamkin kilacaktir.

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

DIKKAT

Dis Uniteye bagl tim ic Unitelere enerji verildiginden emin olun.

DIiKKAT

[2-21] ayarini uygulamak igin dis Unite baslangi¢ islemini tamamlayana kadar
bekleyin.

®
®

Kagak testi ve vakumla kurutma

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi sunlari kapsar:
= Sogutucu borularindaki kacaklarin kontrol edilmesi.

= Sogutucu borularindaki nem, hava veya azotun tamamiyla alinmasi igin vakumla
kurutma yapilmasi.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Sogutucu borularinda nem olma ihtimali varsa (6rnegin, borulara suyun girme
ihtimali), ilk 6nce nem tamamiyla alinana kadar asagidaki vakumla kurutma islemini
gerceklestirin.

Unite icindeki tiim borularin kacak testi fabrikada yapilmistir.

Sadece sahada monte edilen sogutucu borularinin kontrol edilmesi gerekir. Bu
nedenle kacak testi veya vakumla kurutma gerceklestirmeden 6nce tim dis Unite
stop vanalarinin sikica kapali olmasi temin edilmelidir.

DIKKAT
Kacak testi ve vakumlama islemine baslamadan 6nce tim (sahadan temin edilen)

saha borulari vanalarinin ACIK (dis Unite stop vanalari degil) oldugundan emin olun.

Vanalarin durumu hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. "18.4.3 Sogutucu borularinin
kontrol edilmesi: Kurulum" [» 94].

18.4.2 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Genel esaslar

Verimi artirmak icin vakum pompasini tim stop vanalarinin servis agzina bir
manifold Gzerinden baglayin (bkz. "18.4.3 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi:
Kurulum" [» 94]).

DIiKKAT
—100,7 kPa (-1,007 bar) basinca bosaltma yapabilecek ¢ek valfi veya solenoid vanasi

bulunan 2-kademeli bir vakum pompasi kullanin.

DIiKKAT
Pompa calismazken pompa yaginin sistemin icine ters olarak akmadigindan emin

olun.

DIKKAT
Havayi sogutucularla tahliye ETMEYIN. Tesisati bosaltmak icin bir vakum pompasi

kullanin.

18.4.3 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Kurulum

Basing dislrme valfi

Azot

Tarti

Sogutucu R32 tlpu (sifon sistemi)
Vakum pompasi

Sivi hatti stop vanasi

Gaz hatti stop vanasi

A vanasl

B vanasi

Cvanasi

OW>m 0O QL0 TO

Vana Durum

A vanasl Ac

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Vana Durum
B vanasi Ag
C vanasi Ac
Sivi hatti stop vanasl Kapat
Gaz hatti stop vanasi Kapat

DIiKKAT

ic Uniteler de kacak ve vakum testine tabi tutulmalidir. Olabilecek (sahadan temin
edilen) saha borusu vanalarini da agik tutun.

18.4.4 Kacak testini yapmak icin

Vakum sizdirmazlik testi

1 Sistemi sivi ve gaz borularindan 2 saatten fazla slreyle —100,7 kPa (—1,007 bar)
gdsterge basincina vakumlayin.

2 Erisildiginde, vakum pompasini kapatin ve basincin en az 1 dakika boyunca
ylkselmedigini kontrol edin.

3 Basing ylkselirse, sistemde ya nem (asagidaki vakumla kurutmaya bakin) yada
kacak olabilir.

Basing sizdirmazlik testi

1 Azot gaziyla en az 0,2 MPa (2 bar) gosterge basinci uygulayip vakumu kaldirin.
Hicbir zaman gosterge basincini Gnitenin maksimum calisma basincinin, yani
3,52 MPa (35,2 bar) Gzerine ayarlamayin.

2 TuUm boru baglantilarina koplk testi ¢ozeltisi uygulayarak kacaklari kontrol
edin.

3 Tdm azot gazini tahliye edin.

DIKKAT
HER ZAMAN teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye edilen bir kopik testi ¢ozeltisi
kullanin.

ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:

® Sabunlu su, havsa somunlari veya stop vanasi baslklari gibi bilesenlerin
¢atlamasina neden olabilir.

= Sabunlu su, borular sogudugunda donacak olan nemi emen tuz icerebilir.

= Sabunlu su, havsali baglantilarin asinmasina neden olabilecek amonyak icerir
(piring havsa somunu ile bakir havsa arasinda).

Sogutucu sarj ettikten sonra kagaklari kontrol etmek igin

Sisteme sogutucu sarj ettikten sonra ilave bir kacak testi yapilmalidir. Bkz.
"19.8 Sogutucu sarj ettikten sonra sogutucu boru baglanti yerlerini kacaklar
acisindan kontrol etmek icin" [» 104].
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18.4.5 Vakumla kurutma yapmak icin

DIKKAT
Ayni zamanda i¢ Unitelere olan baglantilar ve tim i¢ Uniteler de kagak ve vakum

testine tabi tutulmalidir. Eger varsa, i¢ Uniteye gelen tim (sahadan temin edilen) saha
vanalarini da agik tutun.

Kacak testi ve vakumla kurutma glic beslemesi tniteye takilmadan 6nce yapilmalidir.
Aksi halde, daha fazla bilgi icin bkz. "18.4.1 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi
hakkinda" [» 93].

Sistemden tim nemi atmak icin asagidakileri yapin:

1

Sistemi en az iki saat hedef vakum olan —100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr
mutlak) degerine bosaltin.

Vakum pompasi kapaliyken hedef vakum degerinin en az bir saat korundugunu
kontrol edin.

Hedef vakum degerine 2 saatte ulasamaz veya vakumu bir saat
koruyamazsaniz, sistemde cok fazla nem olabilir. Bu durumda, azot gaziyla
0,05 MPa (0,5 bar) basing uygulanarak vakum kaldirilmali ve nem timdyle
temizlenene kadar adimlar 1 ila 3 tekrarlanmalidir.

Sogutucu sarj agzindan dogrudan dogruya sogutucu sarji yapmak veya
sogutucunun bir kismini sivi hatti Gzerinden 6n sarj yapmak istemenize bagli
olarak dis Unite stop vanalarini a¢in ya da kapali tutun. Daha fazla bilgi icin bkz.
"19.5 Sogutucu sarj etmek icin" [» 101].

BiLGi

°
l Kesme vanasi acildiktan sonra, sogutucu akiskan borularindaki basincin

YUKSELMEMESI mimkiindir. Bu durum 6érnegin dis Gnite devresinde genlesme
vanasinin kapali olmasindan kaynaklaniyor olabilir, ancak Unitenin dogru calismasi
icin KESINLIKLE sorun teskil etmez.
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19 Sogutucu akiskan doldurma

Bu bolimde

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Sogutucu sarjl yapilirken dikkat @dileCKIET ... 97
Sogutucu sarj etme hakkinda 98
Sogutucu hakkinda 98

ilave sogutucu miktarini belirlemek igin

Sogutucu sarj etmek igin
Sogutucu sarji yapilirken hata kodlari

Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak igin

Sogutucu sarj ettikten sonra sogutucu boru baglanti yerlerini kagaklar agisindan kontrol etmek igin
Sogutucu borularini yalitmak igin

19.1 Sogutucu sarji yapilirken dikkat edilecekler

. BiLGi

l Ayrica, asagidaki bolimlerde aciklanan onlemleri ve gereksinimleri okuyun:

= Genel givenlik 6nlemleri

= Hazirhk

UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler patlamalara ve kazalara
neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiiresel i1sinma potansiyeli (GWP) degeri 675'tir. Bu
gazlarin atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akigkan doldururken, DAIMA koruyucu eldiven ve koruyucu gézliik takin.

DiKKAT

Bazi Unitelerin glict kapatilmissa, sarj prosediiri gerektigi gibi tamamlanamaz.

DIiKKAT

GuUcln karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresort korumak igin ¢alistirmadan
6 saat once glict ACIK konuma getirin.

DIiKKAT

isletim ic ve dig Unite(ler) acildiktan sonraki 12 dakika icinde gerceklestirilirse, dig
Unite(ler) ile i¢ Unite(ler) arasindaki iletisim dogru olarak kurulmadan 6nce kompresor
calismaz.

DIiKKAT

Sarj prosedurlerini baglatmadan 6nce, dis Unitenin A1P PCB 7-segmentli ekran
gosteriminin normal olup olmadigini kontrol edin (bkz. "22.1.4 Mod 1 veya 2'ye
erismek icin" [» 124]). Bir ariza kodu bulunuyorsa, bkz. "26.3 Hata kodlarindan yola
cikarak sorunlarin ¢cozamd" [» 147].

@ O 0 o B

DIiKKAT

Bagl olan tum i¢ Unite(ler)in tanindigindan emin olun ("22.1.7 Mod 1: izleme
ayarlari" [» 126] [1-10] ayarina bakin).

RXYSA4~6B7V/Y1B
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DIKKAT
Herhangi bir sogutucu sarj isletimi gerceklestiriimeden énce 6n paneli kapatin. On

panel takilmadan Unite diizgiin ¢alisip calismadigina dogru karar veremez.

DIKKAT
Bakim yapilmasi ve sistemde (dis Unite+saha borulari+i¢ Unite(ler)) hi¢ sogutucu

kalmamasi durumunda (6rn. sogutucu toplama isleminden sonra), Unite orijinal
sogutucu miktari (Unite Uzerindeki isim plakasina bakin) ve belirlenen ilave sogutucu
miktari ile sarj edilmelidir.

DIKKAT
= Sarj ekipmani  kullanilirken  farkli  sogutucularin  kontaminasyonunun

olusmadigindan emin olun.

= Sarj hortumlari veya hatlari, iglerindeki sogutucu miktarini en aza indirmek igin
muimkin oldugunca kisa olmalidir.

Tupler talimatlara gére uygun bir konumda tutulacaktir.

= Sogutma sisteminin sogutucu ile sarj edilmeden énce topraklanmis oldugundan
emin olun. Bkz. "20.2 Elektrik kablolarini dis Gniteye baglamak igin" [» 113].

Sarj islemi tamamlandiginda sistemi etiketleyin.

= Sogutma sistemini asiri doldurmamak icin ¢ok dikkatli olunmalidir.

DIKKAT
Sistemi sarj etmeden 6nce, uygun temizleme gaziyla basing testi yapiimalidir. Sistem,

sarj islemi tamamlandiktan sonra ancak isletmeye almadan 6nce sizdirmazlik testine
tabi tutulacaktir. Sahadan ayrilmadan 6nce bir takip sizinti testi yapilacaktir.

19.2 Sogutucu sarj etme hakkinda

Dis Unite fabrikada sogutucu ile yUklenmistir, ancak saha borularinin durumuna
gore ilave sogutucu yuklenmesi gerekir.

Sogutucu sarj etme dncesinde

Dis Unitenin harici sogutucu borularinin kontrol edildiginden (kacak testi, vakumla
kurutma) emin olun.

Tipik is akisi

Sogutucu sarji tipik olarak asagidaki asamalardan olusur:

1 Ne kadar ilave sarj gerektiginin belirlenmesi.

2 llave sogutucu sarji (6n sarj ve/veya sarj).

3 Florlu sera gazlari etiketinin doldurulmasi ve dis Gnitenin icine tutturulmasi.

19.3 Sogutucu hakkinda

Bu Urln florlu sera gazlari icerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32
Kiresel 1Isinma potansiyel (GWP) degeri: 675

llgili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kacaklarinin kontrol edilmesi
gerekebilir. Daha fazla bilgi icin montajcinizla temas kurun.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI: HAFIF YANICI MADDE
AL o T
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI
= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti

YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

= Tam alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigl kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar Uniteyi KULLANMAYIN.

calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

UYARI
Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gerec veya

= Uretici tarafindan o©nerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

DIKKAT
Florlu sera gazlan ile ilgili olarak yirurlikte olan mevzuat, tnitenin sogutucu akiskan

sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak gésterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi icin kullanilacak formiil: Sogutucu
akiskanin GWP degeri x toplam sogutucu akiskan sarji [kg]/1000

Daha fazla bilgi icin montorunizle iletisime gegin.
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19.4 ilave sogutucu miktarini belirlemek icin

UYARI
izin verilen maksimum toplam sogutucu miktari, sistem tarafindan hizmet sunulan en

kiiclk odaya gore belirlenir.

izin verilen maksimum toplam sogutucu miktarini belirlemek icin bkz. "16.2 Sistem
dizeni gereksinimleri" [» 56].

BILGI
Degisim montajlarinda, sivi borusu uzunluk ve ¢ap bilgileri icin orijinal proje montaj
ayrintilarina bagvurun (VRV Xpress).

i @

BiLGi

Bir test laboratuvarinda son sarj ayarlamasi igin saticiniza basvurun.

i @

BILGI
Daha sonra kullanmak icin burada hesaplanan ilave sogutucu miktarini ilave sogutucu
sarj etiketine not edin. Bkz. "19.7 Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak igin" [» 103].

i @

Formiil:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Sarj edilecek ilave sogutucu [kg] (bir ondalik basamaga yuvarlanmis olarak)
X, o @a ebatta sivi borularinin toplam uzunlugu [m]

Metrik borular. Metrik borular kullanildiginda, formuldeki agirlik faktorlerini
asagidaki tablodakilerle degistirin:

ing borular Metrik borular
Borular Agirlik faktori Borular Agirlik faktori
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
?9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

Baglanti orani gereksinimleri. ic (initeler secilirken, baglanti orani asagidaki
gereksinimlere uymalidir. Daha fazla bilgi icin teknik mihendislik verilerine bakin.

Tabloda belirtilenler disindaki diger kombinasyonlara izin verilmez.

i¢ Gniteler Maksimum ig Toplam CR® CR tip basina®
linite sayisi VRV DX AHU
Yalniz VRV DX 64 %50~130 %50~130 —
VRV DX + 64 %50~110 %50~110 %0~60
AHU (karisik)
Yalniz AHU 64 75'9~%110 — 759~%110
(cift+coklu)

@ Toplam CR = Toplam ig (inite kapasitesi baglanti orani

®) CR tip basina = i¢ Unite tipi basina izin verilen kapasite baglanti orani

@ 9%75'in altindaki baglanti orani icin ek kisitlamalar uygulanabilir (%65~110). Litfen
EKEA+EKEXVA kilavuzuna basvurun.
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19.5 Sogutucu sarj etmek icin

Sogutucu sarj islemini hizlandirmak Uzere, blylk sistemler olmasi durumunda
manuel sarj islemine gegcmeden 6nce sogutucunun bir kisminin sivi hattindan 6n
sarj edilmesi 6nerilir. Bu islem atlanabilir, ancak bu durumda sarj islemi daha uzun

slirecektir.

Sogutucu 6n sarji

On sarj islemi, sogutucu tiplni sivi stop vanasinin servis agzina baglayarak

kompresor ¢calismadan yapilabilir.

1 Gosterildigi sekilde baglayin. Tim dis Unite stop vanalariyla birlikte A vanasinin

kapah oldugundan emin olun.

Basing distrme valfi
Azot
Tarti

Vakum pompasi

Sivi hatti stop vanasi
Gaz hatti stop vanasi
A vanasl

B vanasi

Cvanasl

OWPm@ -~ L0 TOQ

2 Cve Bvanalarini agin.

Sogutucu R32 tlpd (sifon sistemi)

Belirlenen ilave sogutucu miktarina ulasilana kadar ya da artik 6n sarj
yapilamaz duruma gelene kadar sogutucu 6n sarjini yapin ve ardindan C ve B

vanalarini kapatin.

4 Asagidakilerden birini yapin:

ise

O zaman

Belirlenen ilave sogutucu miktarina
ulasiimig

Sivi hattindan manifold baglantisini
ayirin.

"Sogutucu sarji (manuel olarak ilave
sogutucu sarj modu)" talimatlarini
yerine getirmeniz gerekmez.

Cok fazla sogutucu sarj edilmis

Sogutucuyu geri alin.

Sivi hattindan manifold baglantisini
aylirin.

"Sogutucu sarji (manuel olarak ilave
sogutucu sarj modu)" talimatlarini
yerine getirmeniz gerekmez.

Belirlenen ilave sogutucu miktarina
henlz ulagilmamig

Sivi hattindan manifold baglantisini
aylirin.

"Sogutucu sarji (manuel olarak ilave
sogutucu sarj modu)" talimatlarini ile
devam edin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Sogutucu sarji (manuel olarak ilave sogutucu sarj modu)

Kalan ilave sogutucu sarji, dis Unite manuel sogutucu sarj modunda calistirilarak
yapllabilir.

5

Gosterildigi sekilde baglayin. A vanasinin kapali oldugundan emin olun.

Tarti

Sogutucu R32 tlpu (sifon sistemi)
Vakum pompasi

Sogutucu sarj agzi (1si esanjor)
Sogutucu sarj agzi (emme)

A vanasl

>oonTO

DIiKKAT
Sogutucu yiikleme agzi iinite igerisindeki boru sistemine baghdir. Unitenin i¢ borulari

zaten fabrikada sogutucu ile yiklenmistir, bu ylzden yikleme hortumunu baglarken
dikkatli olun.

TUm dis Unite stop vanalarini agin. Bu noktada, A vanasi kapal kalmalidir!

"22 Yapilandirma" [» 121] ve "23 isletmeye alma" [» 138] bahsinde belirtilen
tim onlemleri dikkate alin.

ic Unitenin/Unitelerin ve dis Gnitenin gicini agin.

Manuel ilave sogutucu sarj modunu baslatmak icin [2-20] ayarini etkinlestirin.
Ayrintilar icin bkz. "22.1.8 Mod 2: saha ayarlar" [» 128].

Sonug: Unite isletimi baslatacaktir.

. BiLGI
l Manuel sogutucu sarj isletimi otomatik olarak 30 dakika icinde duracaktir. 30 dakika

sonra sarj islemi tamamlanmazsa, ilave sogutucu sarj islemini yeniden gergeklestirin.

BiLGi

* Prosedir sirasinda bir ariza algilandiginda (6rn. kapali stop vanasi olmasi

i @

durumunda), bir ariza kodu gérintilenecektir. Bu durumda, "19.6 Sogutucu sarji
yapilirken hata kodlar" [» 103] kismina bakin ve buna gore arizayi ¢6zin. Arizanin
sifirlanmasi BS3 butonuna basilarak yapilabilir. "Sarj islemi" talimatlarini yeniden
baslatabilirsiniz.

* Manuel sogutucu sarjinin yarida kesilmesi BS3 butonuna basilarak mimkdnddr.
Unite duracak ve eylemsiz duruma dénecektir.

10
11

12

A vanasini agin.

Belirlenen ilave sogutucu miktari yiklenene kadar sogutucu sarjini yapin ve
ardindan A vanasini kapatin.

Manuel ilave sogutucu sarj modunu durdurmak icin BS3 Uzerine basin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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DIKKAT
Sogutucu (6n-) sarjini yaptiktan sonra tim stop vanalarini actiginizdan emin olun.

Stop vanalari kapali olarak isletim yapilmasi kompresére hasar verecektir.

DIKKAT
Sogutucuyu ilave ettikten sonra, sogutucu doldurma agzinin kapagini kapatmayi
unutmayin. Kapak igin stkma torku 11,5 ila 13,9 Nem'dir.

19.6 Sogutucu sarji yapilirken hata kodlar

BiLGi

Bir ariza olursa, hata kodu dis Unitenin 7-segmentli gorintl biriminde ve i¢ Unitenin
kullanici araytiziinde gorintilenir.

i

Bir ariza olursa, A vanasini derhal kapatin. Ariza kodunu onaylayin ve gerekli
adimlari atin, "26.3 Hata kodlarindan yola cikarak sorunlarin cozima" [» 147].

19.7 Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak igin

1 Etiketi asagidaki gibi doldurun:
Contains i gases a

0 Jo—ob

GWP: XXX

o
9 e —

9 90:0-= |kg —d

I !_. W G"Z‘Jn}kg = tCOq-— e

a Cok dilli bir florlu sera gazi etiketi Unite ile birlikte verilirse (bkz. aksesuarlar), ilgili
dili soyup ¢ikarin ve a'nin Ustline yapistirin.

Fabrika sogutucu sarji: Unite isim plakasina bakin

Sarj edilen ilave sogutucu miktari

Toplam sogutucu akiskan miktari

Toplam sogutucu sarjinin florlu sera gazi miktari, ton CO, esdegeri olarak ifade
edilir.

GWP = Kuresel Isinma Potansiyeli

oD Qn T

-

DIKKAT
Florlu sera gazlari hakkindaki gecerli mevzuat, Gnitenin sogutucu sarjinin hem agirlik
hem de CO, esdegeri olarak belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil: Sogutucunun GWP degeri x
toplam sogutucu sarji [kg olarak]/1000

Sogutucu sarj etiketinde belirtilen GWP degerini kullanin.

2 Etiketi dis Unitenin icine yerlestirin. Bunun igin kablo semasi etiketi Gzerinde
ayrilmis 6zel bir yer vardir.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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19.8 Sogutucu sarj ettikten sonra sogutucu boru baglanti yerlerini
kacaklar acisindan kontrol etmek icin

i¢ mekandaki sahada yapilan sogutucu baglanti yerlerinde sizdirmazlik testi

1 Minimum 5 g sogutucu/yil hassasiyete sahip bir kacak testi yontemi kullanin.
Maksimum c¢alisma basincinin (Unite isim plakasi Gzerindeki "PS Yiksek"
degerine bakin) en az 0,25 kati basing kullanarak kagaklari test edin.

Kagak tespit edilmesi durumunda

1 Sogutucuyu geri kazanin, baglanti yerini onarin ve testi tekrarlayin.

2 Kacak testlerini gergeklestirin bkz. "18.4.4 Kagak testini yapmak icin" [» 95].
3 Sogutucu sarj edin.
4

Sarj ettikten sonra sogutucu kagak kontroll yapin (yukariya bakin).

19.9 Sogutucu borularini yalitmak igin

Sarj prosedirinU bitirdikten sonra borular yalitiimalidir. Asagidaki noktalari goz
onlnde bulundurun:

= Baglanti borularini ve sogutucu bransman Kkitlerini tamamen yalitmayi ihmal
etmeyin.

= Sivi ve gaz borularini mutlaka yalitin (tim Uniteler icgin).

= Sivi borulari icin 70°C sicakhiga dayanabilen isiya dayanikli polietilen kdpik ve gaz
borulariicin 120°C sicakliga dayanabilen polietilen képuk kullanin.

= Sogutucu borularinin yalitimini montaj ortamina gore takviye edin.

Ortam sicaklig Nem Maksimum kalinlik
<30°C %75 ila %80 RH 15 mm
>30°C >%80 RH 20 mm

Dis ve i¢ linite arasinda

DIiKKAT
ic ve dis Unite arasindaki sogutucu akiskan borularinin bir kanal igerisine

yerlestirilmesi veya sogutucu akiskan borularinin képtkle sarilmasi énerilir.

1 Sogutucu akiskan borularini ve kablolari asagida gosterildigi sekilde yalitin ve
sabitleyin:

Gaz borusu

a
b Gaz borusu yalitimi

¢ Ara baglanti kablosu

d Saha kablolari (uygulanabilir ise)
e Sivi borusu

f Sivi borusu yalitimi

g Sonislem bandi

2 Servis kapagini monte edin.
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Dis linitenin icinde

Sogutucu borularini yalitmak icin asagidakileri yapin:

1 Swive gaz borularini yalitin.

2 Dondslerin etrafina 1si yalitimi sarin ve ardindan vinil bant (c, yukariya bakin)
ile kaplaym.

Saha borularinin hicbir kompresér elemanina dokunmadigina emin olun.
4 Yalitim uclarini kapatin (sizdirmazhk maddesi vb.) (b, yukariya bakin).

Keskin kenarlara karsi korumak igin saha borularini vinil bantla (d, yukariya
bakin) sarin

6 Dis Unite i¢ Uniteden yukarida monte edilirse, stop vanalari (izerinde yogusan
suyun i¢ Uniteye gitmesini dnlemek icin stop vanalarini yalitim malzemesi ile
kapatin.

DIKKAT
Aclkta kalan borular yogusmaya neden olabilir.

7 Servis kapagi ve boru giris plakasini yerlerine takin.

8 Kar ve klclk hayvanlarin sisteme girisini dnlemek icin tim bosluklari kapatin.

a Conta

DiKKAT

Havalandirma deliklerini kapatmaymn. Bu durum Unite igindeki hava dolasimini
etkileyebilir.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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UYARI
Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek igin

gerekli 6nlemleri alin. Kiguk hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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20 Elektrik tesisati

iIKAZ
Bu montajin tim guvenlik dizenlemelerine uygun oldugundan emin olmak icin bkz.
"3 Ozel montdr giivenlik talimatlari" [» 14].

Bu bolimde

20.1

20.2
20.3
20.4
20.5

Elektrik kablolarinin baglanmasi hakkinda.................
20.1.1  Elektrik kablolari baglanirken 6nlemler
20.1.2  Elektrik kablolari hakkinda

20.1.3  Montaj deliklerinin agiimasi igin uyulacak esaslar

20.1.4  Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler
20.1.5  Elektrik uyumlulugu hakkinda
20.1.6  Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari

Elektrik kablolarini dis Uniteye baglamak igin
Harici gikislari baglamak igin ...

Sogutma/isitma segici anahtar segenegini baglamak igin..
Kompresorin yalitim direncini kontrol etmek igin

20.1 Elektrik kablolarinin baglanmasi hakkinda

Tipik is akisi

Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:

1

GUg¢ besleme sisteminin Unitenin elektrik 6zelliklerine uygun oldugundan emin
olunmasi.

Elektrik kablolarinin dis tniteye baglanmasi.
Elektrik kablolarinin i¢ Gniteye baglanmasi.
Ana glc beslemesinin baglanmasi.

20.1.1 Elektrik kablolari baglanirken 6nlemler

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

UYARI
Cihaz, ulusal kablo tesisat yénetmeliklerine uygun bicimde monte EDILMELIDIR.

UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan BAGLANMALI ve
ulusal elektrik tesisati mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tum elektrik yapilari mutlaka ilgili
mevzuata uygun OLMALIDIR.

A\
A
A
A

UYARI
Gug besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo kullanin.

BiLGi

Ayrica, "2 Genel guvenlik 6nlemleri" [» 8] boliminde acgiklanan onlemleri ve

i @

gereksinimleri okuyun.
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UYARI
* GUg beslemesinde N fazi yoksa veya hatali ise, cihaz bozulabilir.

= L ve N fazi tellerini DEGISTIRMEYIN, iinite zarar gorr.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak sabitleyin ve kablolarin 6zellikle de
yuksek basing tarafindaki borulara veya keskin kenarlara temas etmemesine
dikkat edin.

Bu Unitede bir inverter bulundugundan, faz ilerletme kapasitorti TAKMAYIN. Faz
ilerletme kapasitoria performansi dislrir ve kazalara sebebiyet verebilir.

iKAZ

Gereginden uzun kablolari KESINLIKLE tniteye yerlestirmeyin ve zorlamayin.

DiKKAT

Yiksek gerilim kablolari ile algak gerilim kablolari arasindaki mesafe en az 50 mm
olmalidir.

UYARI

Kablo konektorleri, kablo baglanti kelepgeleri, bantl kablolar, uzatma kablolari
kullanarak glic besleme veya ara baglanti kablosunu UZATMAYIN.

> o P>

Bunlar, asiri Isinma, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

20.1.2 Elektrik kablolari hakkinda

DIKKAT
® Glc¢ besleme ve ara baglanti kablolarini birbirinden ayri tutun. Ara baglanti

kablolari ve giic besleme kablolari kesisebilir, ancak paralel GIDEMEZ.

= QOlabilecek elektrik girisimlerini 6nlemek icin her iki kablolama arasindaki
mesafenin DAIMA en az 50 mm olmasi gerekir.

Unite disindaki ara baglanti kablolar sarilarak saha borular ile birlikte
yonlendirilmelidir.

Ara baglanti kablolarinin teknik 6zellikleri ve sinirlan®®

Kablo gereksinimleriicin bkz. "20.1.6 Standart kablo elemanlarinin
spesifikasyonlari" [» 112]

Uniteden (niteye kablo baglantisi icin maksimum bransman 9
sayisl
Maksimum kablo uzunlugu 300 m

(dis ve en uzak i¢ Unite arasindaki mesafe)

Toplam kablo uzunlugu 600 m

(dis ve tim i¢ Uniteler arasindaki mesafelerin toplami)

@ Toplam ara baglanti kablolari bu sinirlari asarsa, iletisim hatalari olusabilir.

Herhangi bir ara baglanti teli dallanmasindan sonra ikincil dala izin verilmez.
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]
=N

Xoa oo

: @ :, :’ -—-c2

L0 e

A Dig Unite
B ¢ Unite
C Merkezi kullanici arabirimi (vs...)
a Anahat
b1, b2, b3 Bransman hatlari
cl,c2 Bransmandan sonra bransmana izin verilmez
Ornek:
220-240 V | 380-415V ; 220-240 V
1~ 50 Hz ' 3N~ 50 Hz ! 1~ 50 Hz
Yo

d
P1/P2—] |J_'|
(16 V) é

a Anasalter

b Toprak baglantisi

¢ Gug besleme kablolari (toprak dahil) (EMC ekranli kablo)
F1/F2 Ara baglanti kablolari (EMC blendajli kablo)
P1/P2 Uzaktan kumanda kablosu

V  Dis iinite (RXYSA4~6_V)

Y Dis tnite (RXYSA4~6_Y)

d ¢ unite

e Kullanicr arabirimi

20.1.3 Montaj deliklerinin acilmasi icin uyulacak esaslar

DIKKAT
Montaj delikleri acilirken dikkat edilecekler:

* Muhafazaya zarar vermeyin.

* Montaj deliklerini agtiktan sonra, gapaklari almanizi ve paslanmayi énlemek igin
tamir boyasi kullanarak kenarlari ve etrafindaki alanlari boyamanizi éneririz.

* Montaj deliklerinden elektrik kablolarini gegirirken zarar vermemek igin kablolari

koruyucu bantla sarin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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3
AN

20.1.4 Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler

DIKKAT
Tek parca (tek damarl) teller kullanmanizi éneririz. Orgiilii tellerin kullaniimasi

durumunda, ug¢ kelepgesinde dogrudan kullanim icin veya vyuvarlak sikistirma
stilindeki terminale yerlestirme icin iletkenin ucunu saglamlastirmak amaciyla érguleri
hafifce bukdn.

a Montaj deligi
b Capak
¢ Sizdirmazhk malzemesi vs.

Orgiilii iletkenli kabloyu montaja hazirlamak igin
Yéntem 1: iletkeni biikmek
1 Kablolarin uglarindaki yalitimi (20 mm) soyun.

2 '"Tek parca benzeri" baglanti olusturmak icin iletkenin ucunu hafifce bikin.

-
4

Yoéntem 2: Yuvarlak sikistirma stilindeki terminali kullanmak (6nerilir)
1 Kablolardaki yalitimi soyun ve her kablonun ucunu hafifce bikin.

2 Kablonun ucuna yuvarlak sikistirma stilinde bir terminal takin. Yuvarlak kablo
pabucunu kabloya siyrilan alani kapatacak sekilde takin ve terminali uygun bir
aletle sikin.

/AN
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Kablolar1 déserken su yontemleri kullanin:

Tek damarli tel

Veya

"Tek parca benzeri"

Kablo tipi Montaj yontemi
chb
i AR
tA @ |_At C_@
—a a

baglantiicin bakdlmus
orgilu iletkenli kablo

a Kivrimli (tek damarli veya bikilmus orgili iletkenli
kablo)

b Vida

¢ DUz pul

Yuvarlak kablo pabuclu
orgul iletken kablo

chb a bc

a Terminal

b Vida

¢ Diz pul

 lzin verilir

X izin VERILMEZ

Sikma torklan

RXYSA4~6_V olmasi halinde:

Terminal Kablo Vida olgiisti Sikma torku [Nem]
X1M GUc besleme kablosu M5 2,2~2,7
SVEO c¢ikisl M4 1,3~1,6
X2M iletim kablosu M3,5 0,8~0,97
RXYSA4~6_Y olmasi halinde:
Terminal Kablo Vida olgisti Sikma torku [Nem]
X1M GUc besleme kablosu M5 2,0~3,0
SVEO cikis! M4 1,2~1,8
X2M iletim kablosu M3,5 0,8~0,97

RXYSA4~6B7V/Y1B
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20.1.5 Elektrik uyumlulugu hakkinda

Bu ekipman sunlara uyar:

= Kisa devre glicli S, degerinin kullanicinin beslemesi ile kamuya aclk sistem
arasindaki interfaz noktasinda minimum S, degerinden blylk veya ona esit

olmasi sartiyla EN/IEC 61000-3-12.

- EN/IEC 61000-3-12 = Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile kamuya acik
disik akimli sistemlere baglanan ekipman tarafindan tretilen harmonik akimlar
icin sinirlari tespit eden Avrupa/Uluslararasi Teknik Standardi.

- Ekipmanin SADECE kisa devre glci S, 'nin minimum S, degerinden buylk veya
ona esit bir beslemeye baglanmasi, gerekirse dagitim agi isletmeni ile istisare
ederek ekipman montajcisi veya kullanicisinin sorumlulugudur.

Model Minimum S__degeri
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSAS5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA
20.1.6 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari
Bilesen RXYSA*_V RXYSA*_Y
Glic besleme MCA® 27,0 A 13,6 A
kablosu Voltaj 220-240 V 380-415V
Faz 1~ 3N~
Frekans 50 Hz
Kablo boyutu | Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun
OLMALIDIR.
3 damarli kablo 5 damarli kablo

Tel buyuklGgu akima baghdir, ancak en az:

4,0 mm? 2,5 mm?

Ara baglanti
kablosu (i¢c <> dis)

Voltaj

220-240V

Kablo boyutu

Sadece cift yalitim sunan ve gecerli voltaja
uygun olan uyumlu kablo kullanin.

2 damarli kablo
0,75-1,5 mm?

Onerilen saha sigo

rtasi

32 A, Cegrisi 16 A, C egrisi

akim cihazi

Toprak kacagi devre kesici / artik

GUc besleme hattina MUTLAKA anlik etkili
artik akim cihazi (RCD) monte edin. Monte
edilen RCD'nin ulusal kablo tesisat
mevzuatina uygun olmasi GEREKIR.

@ MCA=Minimum devre amperi. Belirtilen degerler maksimum degerlerdir (tam degerler icin
ic Unite kombinasyonlari elektrik verilerine bakin).
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20.2 Elektrik kablolarini dis Gniteye baglamak icin

UYARI
Kablo konektorleri, kablo baglanti kelepgeleri, bantl kablolar, uzatma kablolari

kullanarak giic besleme veya ara baglanti kablosunu UZATMAYIN.

Bunlar, asiri 1sinma, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

iKAZ
* GUlg¢ beslemesini baglarken: Akim tasiyan baglantilari yapmadan 6nce, ilk olarak

toprak kablosunu baglayin.

® GUg¢ beslemesinin baglantisini keserken: Toprak baglantisini ayirmadan once, ilk
olarak akim tasiyan kablolarin baglantisini kesin.

= Glc¢ beslemesi gerilim azaltma ile terminal blogunun kendisi arasindaki
iletkenlerin uzunlugu, gic beslemesinin gerilim azaltmadan ayrilmasi olasiligina
karsl, toprak telinden 6nce akim tasiyan teller gerdirilmis gibi OLMALIDIR.

DIKKAT
= Kablo semasini (Uniteyle birlikte verilir, servis kapaginin i¢ kisminda bulunur) takip

edin.

= Elektrik kablolarinin servis kapaginin yerine dlzgin takilmasina mani
OLMADIGINDAN emin olun.

1 Servis kapagini gikartin. Bkz. "17.2.2 Dis Gniteyi agmak icin" [» 72].

2 Kablolarin uclarindaki yalitimi (20 mm) soyun.
-7
v X

a Kabloyu bu noktaya kadar soyun.
b Kablonun gereginden fazla siyrilmasi elektrik carpmasina veya kagaga yol agabilir

3 Ara baglanti kablosunu asagidaki gibi baglayin:

V1 Y1
A X4M X2M
A ololo olalolo
| Tolno | A | [tomn] | Tooutp

a Ara baglanti kablosu (kablo gereksinimleriigin bkz. "20.1.6 Standart kablo
elemanlarinin spesifikasyonlari" [ 112])

b Terminal karti (sahadan temin edilir)

c Blendajli kablo

RXYSA4~6B7V/Y1B
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DIKKAT
* Ara baglanti kablosu icin blendajli tel kullanin.

= Sadece Y1: topragi (a) X2M terminalinin destek ¢ergcevesine baglayin.

R ] s e e e =

4 Gig beslemesini asagidaki gibi baglayin:

v1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

[Lz[es]N S x1m

a Toprak kagagl devre kesicisi
Sigorta

¢ Gug besleme kablosu (kablo gereksinimleri igin bkz. "20.1.6 Standart kablo
elemanlarinin spesifikasyonlar" [» 112])
5 Kablolari (glc besleme ve ara baglanti kablosu) stop vanasi baglama plakasina
kablo bagi ile tespit edin ve kablolari asagidaki cizime gore yonlendirin.

a Ara baglanti kablosu
b Gig besleme kablosu
¢ Kablo bagi (sahadan temin edilir, dnerilen maksimum genislik 5 mm)

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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UYARI
Dis kablo kilifini stop vanasi baglanti plakasindaki sabitleme noktasindan daha asagi

SOYMAYIN.
@/

_LL

a Arabaglanti kablosu
b Gig besleme kablosu

7 Duz uclu bir tornavida ve bir cekic ile baglanti noktalarina vurarak secilen
montaj deliklerini agin.

8 Montaj deligine bir kablo korumasi takin:

= Montaj deligine PG tipi kablo rakoru takilmasi dénerilir.
* Kablo rakoru kullanmadiginizda, montaj deliginin kenarinin kablolari
kesmesini 6nlemek icin kablolari vinil borularla koruyun:

AIB

Dis Unitenin i¢ kismi
Dis Unitenin dis kismi
Kablo

Rakor

Somun

Goévde

Boru

Do TO >

9 Kablolari Unitenin disina yonlendirin.

UYARI
Kablolari arkaya yonlendirirken keskin kenarlardan kaginin. Tineli gegerken kablolari

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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10 Servis kapagini yerine takin. Bkz. "17.2.3 Dis Uniteyi kapatmak icin" [» 73].

11 "20.1.6 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlan" [» 112] boliminde
belirtilen sekilde glic besleme hattina bir toprak kacagi devre kesici ile sigorta
baglayin.

20.3 Harici ¢ikislari baglamak icin

SVS cikisi

SVS cikisi X2M terminalinde bulunan ve bir sizinti tespit edilmesi, R32 sensorinin
(ic Unitede bulunur) arizasi veya baglantisinin kesilmesi durumunda kapanan bir
kontaktir.

[ Ioru] I ) N T [ ]
g|an :
@. R
x2m O]
| [——p
a Il
a SVScikis terminalleri (1 ve 2)
b SVS ¢ikis cihazina giden kablo
SVS baglanti gereklilikleri

Voltaj <40VDC
Maksimum akim 0,025 A
Kablo boyutu Sadece cift yalitim sunan ve 220~240 V i¢in uygun

olan uyumlu kablo kullanin

2 damarli kablo

Minimum kablo kesiti 0,75 mm?

Polarite Terminal 1 +

Terminal 2 —

Dis Unite PCB'sinin i¢ devresini korumak icin bir dalgalanma giderici kullanmak
zorunludur (6rn. ayri bir dalgalanma giderici diyotu veya vyerlesik dalgalanma
giderici diyotlu bir role).

Ornek:

X2M bé + )24V DC 240 VAC

a {D} - 10

SVS cikis terminali

DC gii¢ kaynagi

Role

Dalgalanma giderici diyot
AC glc kaynagi

Harici alarm

&)

-0 Q. n T O

SVEO cikisi

SVEO cikisi XIM terminalinde bulunan ve genel hatalarin olusmasi durumunda
kapanan bir kontaktir. Bu cikisi tetikleyecek hatalar icin bkz. "10.1 Hata kodlari:
Genel Bakis" [» 42] ve "26.3.1 Hata kodlari: Genel Bakis" [» 148].
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SVEO baglanti gereklilikleri

Voltaj 220~240V AC
Maksimum akim 0,5A
Kablo boyutu Sadece cift yalitim sunan ve gecerli voltaja uygun olan

uyumlu kablo kullanin

2 damarli kablo

Minimum kablo kesiti 0,75 mm?

SVEO baglantisi icin blendajli kablo kullaniimasi 6nerilir. Kablo blendaji, terminalin
destek cercevesinde bulunan isaretli topraklama noktasina topraklanmalidir.

a Topraklama noktasl
b Kablo blendaji
¢ SVEO cikis cihazina giden kablo

BILGI
Sogutucu kacgak alarmi hakkindaki ses verileri kullanici araytizi teknik veri sayfasinda

bulunur. Ornegin, BRC1IH52* kumandasi 65 dB (ses basinci, alarmdan 1 m mesafede
olculir) alarm Uretir.

i @

20.4 Sogutma/isitma secici anahtar secenegini baglamak igin

Isitma ve sogutma isletimini bir merkezi konumdan kontrol etmek icin asagidaki
opsiyonel sogutma/isitma secici anahtar (KRC19-26A) baglanabilir:

1 Terminal montaj plakasindan montaj vidasini sokun.

o

2 Plakanin

RXYSA4~6B7V/Y1B 'DA’K’N Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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3 Sogutma/isitma segici anahtarini X3M terminaline baglayin.

1[® > A
X3M 2% :% KRC19-26A
3@ »[C

X3M Unite izerindeki terminal
KRC19-26A Sogutma/isitma segici anahtari

4 Terminal montaj plakasini geri cevirin ve vidayi yerine takin.

5 Kablolari kablo baglari ile tespit edin.

lujsluii

i

a Sogutma/isitma segcici anahtar kablosu
b Kablo bagi

6 DIP anahtarini (DS1-1) ACIK konuma getirin. DIP anahtari hakkinda daha fazla
bilgi icin bkz. "22.1.3 Saha ayar bilesenleri" [» 122].

#9448

DS1 DIP anahtari 1

20.5 Kompresorin yalitim direncini kontrol etmek icin

DiKKAT

Montajdan sonra sogutucu kompresorde birikirse, kutuplarin Gzerindeki yalitim
direnci dusebilir ancak en az 1 MQ ise, Unite arizalanmayacaktir.

= Yalitimi 6lgerken 500 V'lik bir mega test cihazi kullanin.

= Dusuk gerilimli devreleri 6lgcerken mega test cihazi KULLANMAYIN.

1 Kutuplar tGzerindeki izolasyon direncini 6lcin.

ise O zaman
>1 MQ izolasyon direnci dogrudur. Bu prosediir tamamlanmistir.
<1 MQ izolasyon direnci dogru degildir. Bir sonraki adima gecin.

2 GUcl ACIN ve 6 saat boyunca acik birakin.

Sonug:  Kompresor isinacak  ve  kompresor icindeki  sogutucuyu
buharlastiracaktir.

3 izolasyon direncini tekrar dlcin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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21 Dis Unitenin montajinin tamamlanmasi

21.1 Sogutucu borularini yalitmak icin

Sarj prosedurtni bitirdikten sonra borular yaltilmalidir. Asagidaki noktalari goz
ondnde bulundurun:

= Baglanti borularini ve sogutucu bransman kitlerini tamamen yalitmayr ihmal
etmeyin.

= Sivi ve gaz borularini mutlaka yalitin (tim Uniteler igin).

= Sivi borulariicin 70°C sicakhiga dayanabilen isiya dayanikli polietilen kdpik ve gaz
borularricin 120°C sicakliga dayanabilen polietilen képuk kullanin.

= Sogutucu borularinin yalitimini montaj ortamina gore takviye edin.

Ortam sicaklig Nem Maksimum kalinlik
<30°C %75 ila %80 RH 15 mm
>30°C >%80 RH 20 mm

Dis ve i¢ linite arasinda

DIiKKAT
ic ve dis Unite arasindaki sogutucu akiskan borularinin bir kanal igerisine

yerlestirilmesi veya sogutucu akiskan borularinin képtkle sarilmasi énerilir.

1 Sogutucu akiskan borularini ve kablolari asagida gosterildigi sekilde yaltin ve
sabitleyin:

a Gazborusu

b Gaz borusu yalitimi

¢ Ara baglanti kablosu

d Saha kablolari (uygulanabilir ise)
e Siviborusu

f Sivi borusu yalitimi

g Sonislem bandi

2 Servis kapagini monte edin.
Dis linitenin icinde

Sogutucu borularini yalitmak icin asagidakileri yapin:
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Sivi ve gaz borularini yalitin.

2 Dondslerin etrafina isi yalitimi sarin ve ardindan vinil bant (c, yukariya bakin)
ile kaplayin.

Saha borularinin hicbir kompresor elemanina dokunmadigina emin olun.
Yalitim uglarini kapatin (sizdirmazlik maddesi vb.) (b, yukariya bakin).

Keskin kenarlara karsi korumak icin saha borularini vinil bantla (d, yukariya
bakin) sarin

6 Dis Unite i¢ Uniteden yukarida monte edilirse, stop vanalari Gzerinde yogusan
suyun i¢ Uniteye gitmesini dnlemek icin stop vanalarini yalitim malzemesi ile
kapatin.

DIKKAT
Acikta kalan borular yogusmaya neden olabilir.

7 Servis kapagi ve boru giris plakasini yerlerine takin.

8 Kar ve kiclk hayvanlarin sisteme girisini dnlemek icin tim bosluklari kapatin.
o5 |

7

a Conta

DIKKAT
Havalandirma deliklerini kapatmayin. Bu durum Unite igindeki hava dolasimini

etkileyebilir.

UYARI
Unitenin kiciik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek igin

gerekli 6nlemleri alin. Kiigik hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.
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22 Yapilandirma

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

®

DiKKAT

[2-49] "Yeni montaj veya degisim montaji" saha ayarinin dogru yapildigindan emin
olun.

i @

BILGI
Bu bolimde yer alan bitin bilgilerin montajci tarafindan sirasiyla okunmasi ve
sistemin uygulanabilir sekilde diizenlenmesi 6nemlidir.

Bu bolimde

22.1

22.2

S@N@ AYATTAIININ YAPIMAST .ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ekttt ettt 121
22.1.1  Saha ayarlarinin yapilmasi hakkinda 121
22.1.2  Saha ayar bilesenlerine erismek igin 122
22.1.3  Sahaayar bilesenleri................... 122
2214 MOd 1 VEYa 2'YE ISMEK IGIN..iuiitiiiitii ittt ettt ettt es ettt ettt 124
22.1.5 MO 1T KUITANMEK IGIN 1.ttt ettt ettt ettt e h ettt ettt 125
22.1.6  Mod 2'yi kullanmak igin . 125
22.1.7  Mod 1: izleme ayarlari ... .. 126
22.1.8  Mod 2: saha ayarlari....... .. 128
ENerji tasarrufu Ve OPTIMUM GSIELIM . ..o.iiiiii ettt 132
22.2.1  Kullanilabilir ana isletim YONTEMIBTT ......oiiiiiiiieicee ettt 133
22.2.2 Mevcut konfor ayarlari........c.ccccccvnnne 134
22.2.3  Ornek: Sogutma sirasinda otomatik mod 135
22.2.4  Ornek: Isitma sirasinda 0tOMAtiK MOM ..........oviviiiiiiiiiieieisie et 136

22.1 Saha ayarlarinin yapilmasi

22.1.1 Saha ayarlarinin yapiimasi hakkinda

Isi pompasl sistemini yapilandirmak icin, dis Unitenin ana PCB'sine (A1P) giris
verilmesi gerekir. Bu islem asagidaki saha ayar bilesenlerini kapsar:

= PCB'ye giris vermek icin butonlara basin

= PCB'den gelen geri beslemenin okunmasi icin bir gdrintl birimi

= DIP anahtarlari (fabrika ayarlarini sadece sogutma/isitma secici anahtari takilirsa
degistirin).

Ayni zamanda bkz.:
= "22.1.3 Saha ayar bilesenleri" [» 122]
= "22.1.2 Saha ayar bilesenlerine erismek icin" [» 122]
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PC yapilandirici

c (X27A)

PC

b Kablo (EKPCCAB*)
¢ Uzatma kablosu X27A ile bagli

X27A Konektor

A1P Dis Unite ana PCB'si

Mod 1 ve 2

Mod

Tanim

Mod 1

(monitor ayarlari)

Mod 1 dis Unitenin gecerli durumunu izlemek igin
kullanilabilir. Ayrica bazi saha ayari icerikleri de
izlenebilir.

Mod 2

(saha ayarlari)

Mod 2 sistemin saha ayarlarini degistirmek icin kullanilir.
Gegerli saha ayar degerinin sorgulanmasi ve gecerli saha
ayar degerinin degistirilmesi mumkindur.

Genel olarak, saha ayarlari degistirildikten sonra 6zel
muidahale olmaksizin normal isletim strddrdlebilir.

Bazi saha ayarlari 6zel isletim icin kullanilir (6rn. bir
seferlik isletim, gaz toplama/vakumlama ayari, manuel
sogutucu ekleme ayari vs.). Boyle bir durumda, normal
isletimin baslayabilmesi icin 6zel isletimin kesilmesi
gerekir. Asagidaki aciklamalarda gosterilecektir.

Ayni zamanda bkz.:
= "22.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek icin" [» 124]
"22.1.5 Mod 1'i kullanmak icin" [» 125]
"22.1.6 Mod 2'yi kullanmak igin" [» 125]
"22.1.7 Mod 1: izleme ayarlari" [» 126]
"22.1.8 Mod 2: saha ayarlar" [» 128]

22.1.2 Saha ayar bilesenlerine erismek icin

Bkz. "17.2.2 Dis Uniteyi agmak icin" [» 72].

22.1.3 Saha ayar bilesenleri

7 segmentli ekranlar, butonlar ve DIP anahtarlarinin konumu:
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22-2 3Faz (V)

BS1 MODE: Ayar modunu degistirmek igin
BS2 SET: Saha ayariigin
BS3 RETURN: Saha ayari igin
DS1, DS2 DIP anahtarlari
a 7 segmentli ekranlar
b Basma butonlar
¢ DIP anahtarlari

DIP anahtarlan

Fabrika ayarlarini sadece sogutma/isitma secici anahtari takilirsa degistirin.

DS1-1 SOGUTMA/ISITMA secici (sogutma/isitma secici anahtarinin
kilavuzuna bakin).

ACIK= SOGUTMA/ISITMA secici aktif; KAPALI=takili
degil=fabrika ayari

DS1-2 KULLANILMIYOR. FABRIKA AYARINI DEGISTIRMEYIN.

Basma butonlar

Saha ayarlarini yapmak icin basma butonlari kullanin. Elektrikli parcalara
dokunmamak icin basma butonlari izolasyonlu bir cubuk (kapali bir tikenmez
kalem gibi) ile calistirin.

(o]

7 segmentli ekranlar

Gordntd birimi, [Mod-Ayar]=Deger seklinde tanimlanan saha ayarlari hakkinda geri
besleme verir.

Ornek

ElEE Tanim

il
NN

Varsayilan durum

L . Mod 1
L L Mod 2
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=3t Tanim
L Ayar 8

EEE (mod 2'de)
L Deger 4

REE (mod 2'de)

22.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek icin

Baslangig islemleri: varsayilan durum

DIKKAT
GUcun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompreséri korumak igin calistirmadan

6 saat 6nce glict ACIK konuma getirin.

Dis Unitenin ve tim i¢ Gnitelerin giic beslemesini acin. ic Gnitelerle dis Uniteler
arasindaki iletisim kurulup normal oldugunda, 7 segmentli ekran gbésterim durumu
asagidaki gibi olacaktir (fabrikadan sevk edilirken varsayilan durum).

Safha

GUc beslemesi acilirken: gosterildigi gibi yanip sénme.
GUg beslemesinde ilk kontroller gerceklestirilir (8~10 dk).

Hicbir sorun yoksa: gosterildigi gibi yanar (1~2 dk).

isletime hazir: gésterildigi gibi bos ekran gosterimi.

= Kapah
= Yanip sonuyor
am  Acik

Ariza durumunda, ariza kodu i¢ Unite kullanici araylziinde ve dis Unite 7 segmentli
ekraninda gorintilenir. Ariza kodunu duruma gére ¢oézimleyin. ilk olarak iletisim
kablolari kontrol edilmelidir.

Erisim

Varsayilan durum, mod 1 ve mod 2 arasinda gecis yapmak icin BS1 kullanilr.

Erisim Eylem

Varsayilan durum

Mod 1 = BS1 butonuna bir kez basin.

7 segmentli ekran gosterimi su sekilde degisir:

= Varsayilan duruma doénmek icin BS1 tusuna bir kez

daha basin.
Mod 2 = BS1 butonuna en az bes saniye basin.
7 segmentli ekran gosterimi su sekilde degisir:
= Varsayllan duruma doénmek icin BS1 tusuna bir kez
daha (kisa) basin.
Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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BiLGi

Ayar isleminin ortasinda sasirirsaniz, varsayilan duruma donmek icin BS1 butonuna

i @

basin (7 segmentli ekranlarda gosterim yok: bos, bkz. "22.1.4 Mod 1 veya 2'ye
erismek icin" [» 124].

22.1.5 Mod 1'i kullanmak igin

Mod 1 temel ayarlari yapmada ve Unitenin durumunu izlemede kullanilir.

Ne Nasil

Mod 1'de degisiklik ve ayara 1 Mod 1'i segmek icin BS1 butonuna bir kez
erisim basin.

2 Secilen ayari se¢cmek icin BS2 butonuna
basin.

3 Secilen ayarin degerine erismek icin BS3
butonuna bir kez basin.

Cikmak ve baslangic durumuna | BS1 butonuna basin.
dénmek igin

Ornek:

Parametre iceriginin kontrol edilmesi [1-10] (sisteme kag tane i¢ Unitenin bagh
oldugunu 6grenmek icin).

[A-B]=C bu durumda soyle tanimlanir: A=1; B=10; C=bilmek/gozlemek istedigimiz

deger:
1 7 segmentli ekran gosteriminin varsayilan durumda oldugundan emin olun
(normal calisma).
2 BS1 butonuna bir kez basin.
Sonug: Mod 1'ye erisildi
3 BS2 butonuna 10 kez basin.
Sonug: Mod 1 ayar 10 adreslendi:
4 BS3 butonuna bir kez basin; getirilen deger (gercek saha durumuna bagli
olarak), sisteme bagli olan i¢ Unitelerin miktaridir.
Sonug: Mod 1 ayar 10 adreslendi ve secildi, getirilen deger izlenen bilgidir
5 Mod 1'den ¢ikmak igin BS1 butonuna bir kez basin.

22.1.6 Mod 2'yi kullanmak icin

Mod 2 dis Unitenin ve sistemin saha ayarlarini yapmada kullanilir,

Ne Nasil

Mod 2'de degisiklik ve ayara = Mod 2'yi secmek icin BS1 butonuna bes
erigim saniyeden daha uzun basin.

= Secilen ayari segcmek icin BS2 butonuna basin.
= Secilen ayarin degerine erismek icin BS3
butonuna bir kez basin.

Cikmak ve baslangic durumuna | BS1 butonuna basin.
dénmek igin
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Ne Nasil
Mod 2'de secilen ayarin = Mod 2'yi se¢cmek icin BS1 butonuna bes
degerini degistirme saniyeden daha uzun basin.

= Secilen ayari se¢cmek icin BS2 butonuna basin.

= Secilen ayarin degerine erismek icin BS3
butonuna bir kez basin.

= Secilen ayarin gereken degerini se¢cmek igin
BS2 butonuna basin.

= Degisikligi onaylamak icin BS3 butonuna bir
kez basin.

= Secilen degerle isletimi baslatmak icin BS3
butonuna tekrar basin.

Ornek:

Parametre [2-18] iceriginin kontrol edilmesi (dis Gnite faninin yliksek statik basing
ayarini etkili veya etkisiz hale getirmek icin).

[Mod-Ayar]=Bu durumda deger soyle tanimlanir: Mod=2; Ayar=7; Deger=bilmek/
degistirmek istedigimiz deger.

1

8

7 segmentli ekran gosteriminin varsayilan durumda oldugundan emin olun
(normal galisma).

BS1 butonuna bes saniyeden daha uzun basin.

Sonug: Mod 2'ye erisildi: ki 0 L0

BS2 butonuna 18 kez basin.

Nam¥

Sonug: Mod 2 ayar 18 adreslendi: &

BS3 butonuna bir kez basin. Ekranda ayarin durumu gosterilir (gecerli saha
durumuna bagli olarak). [2-18] durumunda, varsayilan deger "0"dir, bu da
havalandirmali muhafaza islevinin etkisizlestirildigi anlamina gelir.

Sonug: Mod 2 ayar 18 adreslenir ve secilir, getirilen deger gecerli ayar
durumudur.

Ayarin degerini degistirmek icin gereken deger 7 segmentli ekran gésteriminde
belirene kadar BS2 butonuna basin.

Degisikligi onaylamak icin BS3 butonuna bir kez basin.
Secilen ayara gore isletimi baslatmak icin BS3 butonuna basin.

Mod 2'den ¢ikmak icin BS1 butonuna bir kez basin.

22.1.7 Mod 1:izleme ayarlari

[1-1]

Diastk glraltt isletiminin durumunu gosterir.

DisUk glraltta isletimi, nominal isletim kosullarina nazaran Unite tarafindan
olusturulan glraltiyd azaltir.

126

[1-1] Tanim
0 Unite halihazirda diistik guralti kisitlamalari altinda
calismiyor.
1 Unite halihazirda distk gurdlti kisitlamalar altinda
calisiyor.
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DasUk girdltt isletimi mod 2'de ayarlanabilir. Dis Gnitenin dtstk gUraltd isletimini
etkinlestirmenin iki yéntemi vardir.

= Birinci yontem saha ayari ile geceleyin otomatik bir distk gUrultd isletimi
etkinlestirmektir. Unite secilen zaman dilimlerinde secilen duisiik girilti
seviyesinde calisacaktir.

= ikinci yontem harici bir girise dayali disik girilti isletimi etkinlestirmektir. Bu
islem icin opsiyonel bir aksesuar gerekir.

[1-2]

GUg tiketimi sinirlama isletiminin durumunu gosterir.

Guc tuketimi sinirlama, nominal isletim kosullarina nazaran Unite tarafindan
tuketilen glict azaltir.

[1-2] Tanim
0 Unite halihazirda giic tiiketimi sinirlamalari altinda
calismiyor.
1 Unite halihazirda giic tiiketimi sinirlamasi altinda
cahsiyor.

Glg tUketimi sinirlama mod 2'de ayarlanabilir. Dis dnitenin glc¢ tlketimi
sinirlamasini etkinlestirmenin iki yontemi vardir.

= Birinci yontem saha ayari ile bir zorunlu gic¢ tlketim sinirlamasini
etkinlestirmektir. Unite daima secilen giic tiketim sinirlamasinda calisacaktir.

= [kinci yéntem harici bir girise dayal giic tiketimi sinirlamasini etkinlestirmektir.
Bu islem icin opsiyonel bir aksesuar gerekir.

[1-5] [1-6]
Kod Sunlari gosterir ...
[1-5] Gegerli T, hedef parametre konumu
[1-6] Gegerli T_ hedef parametre konumu

Bu ayarlarin etkisi hakkinda daha fazla bilgi ve 6neri icin bkz. "22.2 Enerji tasarrufu
ve optimum isletim" [» 132].

[1-10]

Bagli i¢ Unitelerin toplam sayisini gosterir.

Kurulu olan toplam i¢ Unite sayisinin sistem tarafindan taninan toplam i¢ Unite
sayisina denk dUslp dismediginin kontrol edilmesi ise yarayabilir. Uyumsuzluk
olmasli durumunda, dis ve i¢ Uniteler arasindaki iletisim kablo yolunun kontrol
edilmesi onerilir (F1/F2 iletisim hatti).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Sunlari gosterir ...

[1-17] En son ariza kodu

[1-18] Sondan ikinci ariza kodu
[1-19] Sondan Uglincl ariza kodu

En son ariza kodlari bir i¢ Gnite kullanici arabiriminde kazara sifirlanmissa, bu izleme
ayarlari Gzerinden tekrar kontrol edilebilirler.

Ariza kodunun arkasindaki icerik veya sebep icin bkz. "26.3 Hata kodlarindan yola
¢lkarak sorunlarin ¢ozimd" [» 147], burada ilgili ariza kodlarinin ¢cogu agiklanmistir.
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Ariza kodlart hakkinda ayrintili  bilgilere  bu Unitenin servis kilavuzunda
basvurulabilir.
[1-40] [1-41]

Kod Sunlari gosterir ...

[1-40] Gegerli sogutma konfor ayari

[1-41] Gecgerli isitma konfor ayari

Bu ayar hakkinda daha fazla ayrinti icin bkz. "22.2 Enerji tasarrufu ve optimum

isletim" [» 132].

22.1.8 Mod 2: saha ayarlari

[2-8]
T, sogutma isletimi sirasindaki hedef sicaklik.
[2-8] T, hedef [°C]
0 (varsayilan) Otomatik
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Bu ayarlarin etkisi hakkinda daha fazla bilgi ve oneri icin bkz. "22.2 Enerji tasarrufu

ve optimum isletim" [» 132].

[2-9]
T, 1sitma igletimi sirasindaki hedef sicaklik.
[2-9] T, hedef (°C)
0 (varsayilan) Otomatik
1 41
3 43
6 46

Bu ayarlarin etkisi hakkinda daha fazla bilgi ve dneri icin bkz. "22.2 Enerji tasarrufu

ve optimum isletim" [» 132].

[2-12]

Dustk gurdltt fonksiyonu ve/veya glc tuketimi sinirlandirma etkinlestirmesini
harici kontrol adaptori (DTA104A61/62) yoluyla yapin.

Uniteye harici bir sinyal génderildiginde sistemin disik girilti isletimi veya giic
tiketimi sinirlandirma sartlari altinda ¢calismasi gerekiyorsa bu ayar degistirilmelidir.
Bu ayar yalniz harici kontrol adaptori (DTA104A61/62) takili oldugunda etkin

olacaktir.
[2-12] Tanim
0 (varsayilan) Etkin degil.
1 Etkin.
Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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[2-18]
Fan ylksek statik basing ayari.

Dis Unite faninin statik basinci artarsa, hava akisi azalir ve fan motoru glc girisi
artar. Unite dlctimlerle ESP tahmini yapabilir.

Bu ayar araciligiyla, yukleyici ESP'yi sabit bir seviyeye ayarlayabilir veya ESP
degerlendirme anini degistirebilir.

Not: 45 Pa'dan yiksek bir ESP seviyesi icin, fan motorunun givenilirligi icin seviye 0
korunur.

[2-18] Tanim
0 (varsayilan) isletmeye alma modunda ve bekleme modunda otomatik
ayar
1 Yalniz isletmeye alma modunda otomatik ayar
2 Seviye 0 (0-20 Pa arasinda ESP)
3 Seviye 1 (20-35 Pa arasinda ESP)
4 Seviye 2 (35-45 Pa arasinda ESP)
[2-20]
Manuel ilave sogutucu sarjl.
[2-20] Aciklama
0 (varsayilan) Etkin degil.
1 Etkin.

Manuel ilave sogutucu sarj islemini durdurmak icin
(gereken ilave sogutucu miktari sarj edildiginde) BS3
butonuna basin. Bu fonksiyon BS3 butonuna basilarak
yarida kesilmezse, Unite 30 dakika sonra isletimini
durduracaktir. ihtiyac duyulan sogutucu miktarini
eklemek icin 30 dakika yetmedi ise, saha ayari tekrar
degistirilerek fonksiyon yeniden harekete gecirilebilir.

[2-21]
Sogutucu geri kazanma/vakumlama modu.

Sistemden sogutucuyu disari almak Uzere acik bir yol elde etmek veya kalinti
maddeleri temizlemek ya da sistemi vakumlamak icin sogutucu geri alma veya
vakumlama isleminin geregi gibi yapilabilmesi bakimindan sogutucu devresinde
gerekli vanalari acacak bir ayarin uygulanmasi gereklidir.

[2-21] Tanim
0 (varsayilan) Etkin degil.
1 Etkin.

Sogutucu geri alma/vakumlama modunu durdurmak igin
BS3 butonuna basin. BS3 butonuna basiimazsa, sistem
sogutucu geri alma/vakumlama modunda kalacaktir.

[2-22]
Geceleyin otomatik distk glraltili isletimi ve seviyesi.

Bu ayar degistirilerek, Unitenin otomatik dusik gdrdltd isletim fonksiyonu
etkinlestirilir ve isletim seviyesi tanimlanir. Secilen seviyeye bagh olarak, gurilti
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seviyesi disUrulecektir. Bu fonksiyon icin baslama ve durma anlari ayar [2-26] ve
[2-27] altinda tanimlanir (asagidaki agiklamalara bakiniz).

[2-22] Tanim
0 (varsayilan) Etkin degil
1 Seviye 1 Seviye 5<Seviye 4<Seviye 3<Seviye
9 Seviye 2 2<Seviye 1
3 Seviye 3
4 Seviye 4
5 Seviye 5

[2-25]

Harici kontrol adaptori yoluyla distk gariltt isletim seviyesi.

Uniteye harici bir sinyal génderildiginde sistemin diisik girilti isletim kosullarinda
calismasi gerekiyorsa, bu ayar uygulanacak dusik glrultd seviyesini tanimlar.

Bu ayar yalniz harici kontrol adaptort (DTA104A61/62) takili oldugunda ve ayar
[2-12] etkinlestirildiginde etkili olacaktir.

[2-25] Aciklama
1 Seviye 1 Seviye 5<Seviye 4<Seviye 3<Seviye
2 (varsayilan) Seviye 2 2<5eviye 1
3 Seviye 3
4 Seviye 4
5 Seviye 5

[2-26]
Baslama zamani dustk glraltd isletimi.

Bu ayar, [2-22] ayari ile baglantili olarak kullanilir.

[2-26] Baslama zamani otomatik diistik gurulti isletimi
(yaklasik olarak)
1 20h00
2 (varsayilan) 22h00
3 24h00

[2-27]
DisUk glraltt isletimi durma zamani.

Bu ayar, [2-22] ayari ile baglantili olarak kullanilir.

[2-27] Durma zamani otomatik diisiik giiriiltii isletimi (yaklagik
olarak)
1 6h00
2 7h00
3 (varsayilan) 8h00

[2-30]

Harici kontrol adaptorl vyoluyla giic tliketimi sinirlama dlzeyi (adim 1)
(DTA104A61/62).

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Uniteye harici bir sinyal génderildiginde sistemin giic tiiketimi sinirlandirma sartlari
altinda c¢alismasi gerekiyorsa, bu ayar step 1 icin uygulanacak olan gii¢ tiketimi
sinirlandirma dizeyini tanimlar. Dizey tabloya goredir.

[2-30] Giig tiiketimi sinirlandirma (yaklasik olarak)
1 %60
2 %65
3 (varsayilan) %70
4 %75
5 %80
6 %85
7 %90
8 %95

[2-31]

Harici kontrol adaptorl vyoluyla gic tlketimi sinirlama dizeyi (adim 2)

(DTA104A61/62).

Uniteye harici bir sinyal génderildiginde sistemin giic tiketimi sinirlandirma sartlari
altinda calismasi gerekiyorsa, bu ayar step 2 icin uygulanacak olan glc tiketimi
sinirlandirma dizeyini tanimlar. Dizey tabloya goredir.

[2-31] Gug tiiketimi sinirlandirma (yaklasik olarak)
1 (varsayilan) %40
2 %50
3 %55

[2-32]
Zorunlu, tUm zamanlarda, glc¢ tlketimi sinirlandirma isletimi (glc tlketimi

sinirlandirma gerceklestirme icin harici kontrol adaptoru gerekli degildir).

Sistemin her zaman glic tiketimi sinirlandirma sartlari altinda calismasi gerekiyorsa,
bu ayar sirekli uygulanacak glc ttketimi sinirlandirma dizeyini etkinlestirir ve
tanimlar. Dlzey tabloya goredir.

[2-32] Kisitlama referansi

0 (varsayilan)

Fonksiyon etkin degil.

1 [2-30] ayarini izler.
2 [2-31] ayariniizler.
[2-49]
Yeni montaj veya degisim montaji. Bu saha ayari dogru yag yonetimi icin dnemlidir.
[2-49] Tanim
0 Yeni montaj (yeni R32 borulari)

1 (varsayilan)

Degisim (R410A borularinin tekrar kullanimi)

[2-60]

Denetmen uzaktan kumandasi ayari. Bu ayari kaydetmek icin glctln sifirlanmasi

gerekiyor.
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Denetmen uzaktan kumandasi hakkinda ayrintilar icin bkz. "16.2 Sistem dizeni
gereksinimleri" [r 56] veya uzaktan kumanda montaj ve kullanici referans

kilavuzuna bakin.

[2-60] Tanim
0 (varsayilan) Sisteme bagli bir denetmen uzaktan kumandasi yok
1 Sisteme bagli denetmen uzaktan kumandasi

[2-81]

Sogutma konfor ayari.

Bu ayar, [28] ayari ile baglantili olarak kullanilir.

[2-81] Sogutma konfor ayari
0 Eko
1 (varsayilan) Mutedil
2 Hizli
3 Guglu

Bu ayarlarin etkisi hakkinda daha fazla bilgi ve dneri icin bkz. "22.2 Enerji tasarrufu

ve optimum isletim" [» 132].

[2-82]

Isitma konfor ayari.

Bu ayar, [29] ayari ile baglantili olarak kullanilir.

[2-82] Isitma konfor ayari
0 Eko
1 (varsayilan) Mutedil
2 Hizl
3 Gugld

Bu ayarlarin etkisi hakkinda daha fazla bilgi ve 6neri icin bkz. "22.2 Eneriji tasarrufu
ve optimum isletim" [» 132].

22.2 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

Bu I1sI pompa sistemi ileri enerji tasarruf islevselligi ile donatilmistir. Oncelige bagli
olarak, enerji tasarrufuna veya konfor diizeyine 6nem verilebilir. Birka¢c parametre
segilebilir, bdylece eldeki uygulama igin enerji tiketimi ile konfor arasinda optimum
bir denge sonucu saglanir.

Birkag duzen kullanilabilir ve asagida acgiklanmistir. Binanizin ihtiyaglarina gore ve
enerji tasarrufu ile konfor arasinda en iyi dengeyi gerceklestirmek amaciyla
parametrelerde degisiklik yapin.

Hangi kontrol secilirse secilsin, koruma kontrollerinin Uniteyi glvenilir kosullar
altinda tutmasi nedeniyle sistemin davranisinda degisiklikler olabilir. Bununla
birlikte tasarlanan hedef sabittir ve uygulamanin tipine bagli olarak enerji tasarrufu
ile konfor arasinda en iyi dengeyi saglamak tzere kullanilir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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22.2.1 Kullanilabilir ana isletim yontemleri

Temel

Sogutucu sicakligl durumdan bagimsiz olarak sabittir.

Bunu agagidakinde etkinlegtirmek icin Degistirin
Sogutma isletimi [2-8]=2

Isitma isletimi [2-9]=2
Otomatik

Sogutucu sicakhgr dis ortam kosullarina bagli olarak ayarlanir. Bu itibarla sogutucu
sicakhgl gerekli yiki karsilayacak sekilde ayarlanir (bu ayni zamanda dis ortam
kosullariyla ilgilidir).

Orn., sisteminiz sogutmada calisirken, disiik dis ortam sicakliklarinda (6rn., 25°C)
ylUksek dis ortam sicakhklarindaki (6rn., 35°C) kadar sogutma ihtiyaciniz olmaz. Bu
gorusten hareketle, sistem otomatik olarak sogutucu sicakhgini artirmaya baslar,
otomatik olarak saglanan kapasiteyi azaltir ve sistemin verimliligini artirir.

Orn. sisteminiz isitmada calisirken, yiiksek dis ortam sicakliklarinda (6rn., 15°C)
distk dis ortam sicakliklarindaki (6rn., =5°C) kadar isitma ihtiyaciniz olmaz. Bu
gorusten hareketle, sistem otomatik olarak sogutucu sicakligini azaltmaya baslar,bu
da otomatik olarak saglanan kapasiteyi azaltir ve sistemin verimliligini artirir.

Bunu asagidakinde etkinlestirmek i¢in Degistirin
Sogutma isletimi [2-8]=3 (varsayilan)
Isitma isletimi [2-9]=1 (varsayilan)

Yiiksek duyarli/ekonomik (sogutma/isitma)

Sogutucu sicakhgl temel isletime nazaran daha yiksek/daha dustk (sogutma/
Isitma) ayarlanir. Yiksek duyarli mod altindaki odak noktasi musterinin konfor
hissidir.

ic Unitelerin secim yontemi énemlidir ve kullanilabilir kapasitenin temel isletim
altindaki ile ayni olmayacagi seklinde kabul edilmelidir.

Yuksek-duyarl uygulamalarla ilgili ayrintilar icin saticiniza basvurun.

Bunu asagidakinde etkinlestirmek igin... Degistirin...

Sogutma isletimi Yiksek duyarli ¢o6zim kapsayan 6n
tasarimli sistemin gereksinimlerini
karsilayacak sekilde [2-8]'i uygun
degere.

Isitma isletimi Yiksek duyarli ¢c6zim kapsayan 6n
tasarimli sistemin gereksinimlerini
karsilayacak sekilde [2-9]'u uygun

degere.
[2-8] T, hedef (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
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[2-9] T, hedef (°C)
4 43

22.2.2 Mevcut konfor ayarlari

Yukaridaki modlarin her biri icin bir konfor seviyesi secilebilir. Konfor seviyesi
zamanlama ve talep edilen kosullara daha hizli erismek icin gecici olarak sogutucu
sicakhgini farkli degerlere degistirerek belirli bir oda sicakhigini elde etmekte
harcanan eforla (enerji tiketimi) iliskilidir.

Giiglu

istenen oda sicakligina cok hizli erismek icin talep edilen sogutucu sicakligina
nazaran hedefi asma (isitma isletimi sirasinda) veya hedefe ulasamama (sogutma
isletimi sirasinda) durumlarina izin verilir. Hedefi asmaya baslangic anindan itibaren
izin verilir.

ic Unitelerin talebi daha 6lculi hale gelince, sistem sonunda yukaridaki isletim
yontemi ile tanimlanan kararh durum sartlarina gececektir.

Bunu asagidakinde etkinlestirmek igin Degistirin

Sogutma isletimi [2-41]=3.
Bu ayar, [2-8] ayart ile baglantili olarak
kullanihr.

Isitma isletimi [2-42]=3.

Bu ayar, [2-9] ayart ile baglantili olarak
kullanihr

Hizh

istenen oda sicakligina cok hizli erismek icin talep edilen sogutucu sicakligina
nazaran hedefi asma (isitma isletimi sirasinda) veya hedefe ulasamama (sogutma
isletimi sirasinda) durumlarina izin verilir. Hedefi asmaya baslangic anindan itibaren
izin verilir.

ic Unitelerin talebi daha 6lculi hale gelince, sistem sonunda yukaridaki isletim
yontemi ile tanimlanan kararh durum sartlarina gececektir.

Bunu asagidakinde etkinlestirmek igin Degistirin

Sogutma isletimi [2-41]=2.
Bu ayar, [2-8] ayart ile baglantili olarak
kullanihr.

Isitma isletimi [2-42]=2.

Bu ayar, [2-9] ayart ile baglantili olarak
kullanilir.

Mutedil

istenen oda sicakligina cok hizli erismek icin talep edilen sogutucu sicakligina
nazaran hedefi asma (isitma isletimi sirasinda) veya hedefe ulasamama (sogutma
isletimi sirasinda) durumlarina izin verilir. Hedefi asmaya baslangi¢c anindan itibaren
izin verilmez. Baslangic, yukaridaki isletim modu ile tanimlanan kosul altinda
gerceklesir.

ic Unitelerin talebi daha 6lculi hale gelince, sistem sonunda yukaridaki isletim
yontemi ile tanimlanan kararh durum sartlarina gececektir.

Not: Baslangic kosulu gticl ve hizl konfor ayarindan farklidir.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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Bunu asagidakinde etkinlestirmek igin

Degistirin

Sogutma isletimi

[2-41]=1.

Bu ayar, [2-8] ayari ile baglantili olarak
kullanihr.

Isitma isletimi [2-42]=1.
Bu ayar, [2-9] ayari ile baglantili olarak
kullanihr.

Eko

isletim yontemi ile tanimlanan (yukariya bakin) orijinal sogutucu sicaklik hedefi
koruma kontroll olmadikga hichir dizeltme olmadan korunu.

Bunu agagidakinde etkinlestirmek igin

Degistirin

Sogutma isletimi

[2-41]=0.

Bu ayar, [2-8] ayari ile baglantili olarak
kullanilir.

Isitma isletimi

[2-42]=0.

Bu ayar, [2-9] ayari ile baglantili olarak
kullanihr.

22.2.3 Ornek: Sogutma sirasinda otomatik mod

T, |

6°C

3°C

Gergek yuk egrisi

Yuk faktord

Dig hava sicaklig
Buharlasma sicakhigi
Hizli

Gcli

Mutedil

Ilm"nmcnwzb

Sanal yuk egrisi (ilk kapasite otomatik mod)
Sanal hedef degeri (ilk buharlasma sicaklik degeri otomatik mod)
Gerekli buharlasma sicaklik degeri
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Oda sicakhigi gelisimi:
A

vs)
Oy

ic Unite ayar sicaklig
isletimi baslatma
isletim zamani
Mutedil

Hizli

Gl

OmON®>

22.2.4 Ornek: Isitma sirasinda otomatik mod

S 100%

70%

e

TC
49°C f------ e ittt ittt Rl
i
I
s6°c| S
I
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
!
I
In
1
1
|
2°C E
A Sanal yuk egrisi (varsayilan otomatik mod pik kapasitesi)
B Yik egrisi
C Sanal hedef degeri (ilk yogusma sicaklik degeri otomatik mod)
D Tasarim sicakligi
E Yik faktord
C Dis hava sicaklig
T. Yogusma sicakligl
Hizl
m Giclu
Mutedil
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Oda sicakhigi gelisimi:
A

W }---
oy

ic Gnite ayar sicaklig
isletimi baslatma
isletim zamani
Mutedil

Hizli

Guclu

oOmONn®m>
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23 Isletmeye alma

®

DIiKKAT

Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bolimdeki devreye alma talimatlarinin
yaninda, Daikin Business Portal (kimlik dogrulama gerekir) icinde genel bir devreye
alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bolimdeki talimatlarin tamamlayicisidir ve
devreye alma ve kullaniciya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu olarak
kullanilabilir.

Bu bolimde
23.1  Devreye alma sirasinda dikkat @dilECEKIET ........cooiiiiii e 138
23.2  isletmeye alma &ncesi kontrol listesi ....... . 139
23.3  Devreye alma sirasinda kontrol listesi. 140
23.4  Sistem test calistirmasi hakkinda ..........cccoovieiiiicnnnn, . 140
23.5  Bir test galistirmasi gergeklestirmek igin (7 segmentli €Kran) ... 140
23.6  Test calistirmasinin anormal tamamlanmasi sonrasinda dUZEITME .......c.ocvoiiiiiiiiieieiicee e 141

23.1 Devreye alma sirasinda dikkat edilecekler

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

iKAZ
i¢ tinite(ler) lizerinde galisirken test isletimini GERCEKLESTIRMEYiN.

Test isletimini gerceklestirirken SADECE dis tinite DEGIL ayni zamanda bagli i¢ tnite
de calisacaktir. Test isletimi gercgeklestirirken bir i¢c Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

A\
I\
A
A

iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan
mahfazasini SOKMEYIN. Fan yiiksek devirde déndiigiinde yaralanmaya neden olur.

i @

BILGI

Unite ilk defa calistirildiktan sonra gegen siirede gerekli giig, Uinite Gizerindeki etikette
belirtilen degerden yuksek olabilir. Bu durum kompresoriin sorunsuz ¢alisma ve sabit
glic tuketimine erismesi icin 50 saat boyunca kesintisiz calistirilmasi gerekmesinden
kaynaklanir.

®

DiKKAT

GUlcun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompreséri korumak igin calistirmadan
6 saat dnce giicl ACIK konuma getirin.

Test calistirmasi sirasinda, dis Unite ve i¢ Uniteler calismaya baslar. TUm i¢ Unitelerin
hazirliklarinin tamamlandigindan emin olun (saha borulari, elektrik kablo tesisati,
hava tahliyesi, ...). Ayrintilar icin ic Unitelerin montaj kilavuzuna bakin.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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23.2 isletmeye alma dncesi kontrol listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asagida listelenen 6geleri kontrol edin.
2 Uniteyi kapatin.

3 Uniteye enerji verin.

(] Montajci ve kullanici referans kilavuzunda agiklanan tim montaj ve kullanim talimatlarini
okudunuz.

(] Kurulum

Uniteyi calismaya baslatirken anormal giiriiltii ve titresimlerin olmamasi igin Ginitenin geregi
gibi monte edildigini kontrol edin.

(] Saha kablolari

Saha kablo baglantilarinin "20 Elektrik tesisati" [» 107] boliminde aciklanan talimatlara,
kablo baglanti semalarina ve gecerli ulusal tesisat mevzuatina gore yapildigini kontrol edin.

(] Gii¢ besleme gerilimi

Yerel besleme panosundaki giic besleme gerilimini kontrol edin. Gerilim, Unitenin isim
plakasi Gzerindeki gerilime uymahdir.

(] Toprak kablo baglantilari

Toprak kablolarinin geregi gibi baglandigindan ve toprak terminallerinin sikildigindan emin
olun.

(] Ana gii¢ devresinin izolasyon testi

500 V degerinde bir megatest cihazi kullanarak, glic terminalleri ve toprak arasinda 500 V
DC'lik bir gerilim uygulayarak 2 MQ veya daha fazla izolasyon direnci elde edildigini kontrol
edin. Megatest cihazini HICBIR ZAMAN ara baglanti kablolari icin kullanmayin.

(] Sigortalar, devre kesiciler veya koruma cihazlan

Sigortalarin, devre kesicilerin veya vyerel olarak montaji yapilan koruma cihazlarinin
"20.1.6 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari" [ 112] boliminde belirtilen
buyuklik ve tipte oldugunu kontrol edin. Bir sigorta ya da koruma cihazinin
atlanmadigindan emin olun.

] i¢ kablo baglantilan

Gevsek baglantilar veya zarar gérmis elektrik elemanlari agisindan anahtar kutusunu ve
Unitenin igini gozle kontrol edin.

(] Boru ebadi ve boru yalitimi

Dogru boru ebatlarinin monte edildiginden ve yalitim isleminin tam anlamiyla
gerceklestirildiginden emin olun.

(] Stop vanalari

Hem sivi hem de gaz tarafinda stop vanalarinin agik oldugundan emin olun.

(] Zarar gormiis donatim

Unitenin icini, zarar gdrmis elemanlar veya sikistirilmis borular agisindan kontrol edin.

(] Sogutucu kagagi

Unitenin icini sogutucu kacagl acisindan kontrol edin. Sogutucu kacagl varsa, kacag
onarmaya calisin. Onarim basarisiz olursa, yerel saticinizi arayin. Sogutucu boru
baglantilarindan sizmis olan hicbir sogutucuya dokunmayin. Bu, soguk isirmasina vyol
acabilir.

(] Yag kacagi
Kompresori yag kacagi icin kontrol edin. Yag kacagi varsa, kagagl onarmaya calisin. Onarim
basarisiz olursa, yerel saticinizi arayin.

H Hava girisi/¢gikisi
Unitenin hava giris ve cikisinin kagit, mukavva veya baska bir madde ile engellenmedigini
kontrol edin.
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O] ilave sogutucu sarji
Uniteye ilave edilecek sogutucu miktari verilen "ilave edilmis sogutucu" plakasina yaziimali
ve 0n kapagin arka tarafina ilistirilmelidir.

(] R32 ekipmanlari igin gereksinimler

Sistemin asagidaki bolimde agiklanan tim gereksinimleri karsiladigindan emin olun:
"3.1 R32 sogutucu kullanan ekipmanlar igin talimatlar" [» 17].

(] Saha ayarlari

istediginiz tim saha ayarlarinin yapildigindan emin olun. Bkz. "22.1 Saha ayarlarinin
yapilmasi" [r 121].

Dogru yag yonetimi icin, [2-49]"Yeni montaj veya degisim montajl" saha ayarinin dogru
yapildigindan emin olun.

(] Montaj tarihi ve saha ayari

Montaj tarihinin kaydini, 6n panelin arkasindaki etiket tzerinde EN60335-2-40'a gore
mutlaka tutun ve saha ayarlari iceriginin kaydini tutun.

23.3 Devreye alma sirasinda kontrol listesi

(] Bir test igsletmesi gerceklestirmek igin.

23.4 Sistem test calistirmasi hakkinda

DIKKAT
ilk kurulumdan sonra test calistirmasi mutlaka gerceklestirilmelidir. Aksi halde,

kullanici arabirimi Uzerinde L/3 ariza kodu goruntilenecek ve normal isletim veya
ferdi i¢ Unite test calistirmasi gerceklestirilemeyecektir.

Asagidaki prosedir tim sistemin test isletimini tarif eder. Bu isletim asagidaki
ogeleri kontrol eder ve karar verir:

= Hatali kablo baglantisi kontroli (i¢ Gnite(ler) ile iletisim kontrolQ).
= Stop vanalarinin agiklik kontrold.
= Boru uzunlugunun kararl.

= ic Unitelerdeki anormallikler her bir (nite icin ayri olarak kontrol edilemez. Test
isletimi tamamlandiktan sonra, kullanici arabirimini kullanarak normal bir isletim
gerceklestirmek suretiyle i¢ Uniteleri birer birer kontrol edin. Ferdi test
calistirmasiyla ilgili olarak daha fazla ayrintiicin i¢ inite montaj kilavuzuna bakin.

. BiLGi
l = Kompresor baslamadan once sogutucu durumunun dizenli hale getirilmesi 10
dakika surebilir.

= Test isletimi sirasinda, sogutucunun akis sesi veya bir solenoit valfin manyetik sesi
gUraltult olabilir ve ekran gosterimi degisebilir. Bunlar ariza degildir.

23.5 Bir test calistirmasi gerceklestirmek icin (7 segmentli ekran)

1 istediginiz tim saha ayarlarinin yapildigindan emin olun; bkz. "22.1 Saha
ayarlarinin yapilmasi" [» 121].

2 Dis Uniteye ve bagli ic Unite(ler)e giden gici ACIN.

Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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DIKKAT
Gucun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompreséri korumak igin calistirmadan

6 saat once glict ACIK konuma getirin.

3 Varsayllan (eylemsiz) durumun mevcut oldugundan emin olun, bkz.
"22.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek icin" [» 124]. BS2 butonuna 5 dakika veya
daha fazla basin. Unite test isletimini baslatir.

Sonug: Test isletimi otomatik olarak gerceklestirilir, dis Unite ekrani "5 "
gosterecek ve i¢ Unitelerin kullanici arabirimi Gzerinde "Test isletimi" ile
"Merkezi kontrol ydnetiminde" gorintilenecektir.

Otomatik test calistirma prosedird sirasindaki adimlar:

Adim Aciklama
o Baslatma oncesi kontrol (basing dengeleme)
Loz Sogutma baslatma kontroll
03 Sogutma kararl durum
od iletisim kontroli
EOS Stop vanasi kontrol(
LOE Boru uzunluk kontroli
09 Gaz toplama islemi
£ D Unite durus
. BILGI
l Test isletimi S|ra5|n_da, Gnitenin ¢alismasinin bir kullanici arabirimind_gn durdurulmasi
mimkin degildir. Isletimi yarida kesmek icin BS3 butonuna basin. Unite +30 saniye
sonra duracaktir.

4 Dis Unite Uzerinde bulunan 7 segmentli ekrandaki test islemi sonuclarini

kontrol edin.
Tamamlanma Agiklama
Normal 7 segmentli ekranda gosterim yok (eylemsiz).

tamamlanma

Anormal 7 segmentli ekranda ariza kodu gosterimi.

tamamlanma Anormalligi dizeltmek Uzere harekete gecmek icin bkz.

"23.6 Test galistirmasinin anormal tamamlanmasi
sonrasinda dizeltme" [» 141]. Test isletimi tamamen
bitirildiginde, normal isletim 5 dakika sonra mimkun
olacaktir.

23.6 Test calistirmasinin anormal tamamlanmasi sonrasinda dizeltme

Test isletimi, ancak kullanici arabiriminde veya dis Unite 7 segmentli ekraninda
hicbir ariza kodu gorintilenmediginde tamamlanir. Bir ariza kodunun
gorintilenmesi durumunda, ariza kodu tablosunda aciklanan duzeltici faaliyetleri
yerine getirin. Test isletimini tekrar gerceklestirin ve anormalligin dogru bir sekilde
giderildigini teyit edin.
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BiLGi

ic Unitelerle ilgili ayrintil ariza kodlari igin i¢ tinitenin montaj kilavuzuna bakin.

i @
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24 Kullanicrya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde calismaya basladiginda,
asagidaki hususlarin kullanici tarafindan anlasildigindan emin olun:

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin giktisini aldigindan emin olun ve kullanicidan bu
doklimanlari daha sonra basvurmak lzere saklamasini isteyin. Kullaniciyr tim
belgeleri bu kilavuzda daha once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda
bilgilendirin.

= Kullaniclya sistemin nasil dogru sekilde calistirilacagini ve herhangi bir sorunla
karsilasmasi halinde ne yapacagini acgiklayin.

= Kullaniclya Unitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri aciklayin.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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25 Bakim ve servis

Urinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

TUum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer almaktadir.

Tum vyetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanhk tarafindan olusturulan Servis Bilgi
Sisteminde yer almaktadir.

DIKKAT
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini éneririz. Ancak, yururlikteki mevzuat daha kisa
bakim araliklari gerektirebilir.

DIKKAT
Florlu sera gazlari ile ilgili olarak yirurlikte olan mevzuat, Gnitenin sogutucu akiskan

sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak gosterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi icin kullanilacak formil: Sogutucu
akiskanin GWP degeri x toplam sogutucu akiskan sarji [kg] / 1000

Bu bdlimde
251 Bakim UVENITK GNIEMIEIT ...ttt 144
25.1.1  Elektrik tehlikelerini OnIEMEK IGIN ... ittt 145
25.2  Dig Gnitenin yillik bakimiigin KONTIrOI ISTEST .....o.iiviiiiiiie ettt 146
25.3  Servis modu isletimi hakkinda
25.3.1  Vakum modunu KUaNmMak iGIN.......oiiii ettt 146
25.3.2  SOBUtUCUYU Beri KAaZanmMak iGIN........oiiiiiiiiiiiiiitiiei e 146

25.1 Bakim guvenlik dnlemleri

C TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

UYARI

Yanici sogutucu iceren sistemler Uzerinde c¢alismaya baslamadan ©nce, tutusma
riskinin en aza indirildiginden emin olmak icin glvenlik kontrolleri gereklidir. Bu
nedenle, bazi talimatlara uyulmalidir.

Daha fazla bilgi icin lutfen servis kilavuzuna bakin.

DiKKAT: Elektrostatik desarj riski

Herhangi bir bakim veya servis calismasi gerceklestirmeden once, statik elektrigi
onlemek ve PCB'yi korumak igin Uinitenin metal bir pargasina dokunun.

@ B P
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25.1.1 Elektrik tehlikelerini 6nlemek icin

inverter ekipmanina servis yaparken:
1 Gug beslemesi kapatildiktan sonra 10 dakika streyle elektrik isleri YAPMAYIN.

2 Glg girisi terminal blogunda terminaller arasindaki gerilimi bir test cihazi ile
dlciin ve glc girisinin kapatildigini dogrulayin. ilaveten sekilde gosterilen
noktalari bir test cihazi ile 6lgclin ve ana devredeki kapasitor geriliminin 50 V
DC'den az oldugunu dogrulayin. Olciilen voltaj hala 50 V DC'den yiiksekse,
kivilcim olasiligini 6nlemek icin 6zel bir kapasitor desarj kalemi kullanarak
kapasitorleri glvenli bir sekilde bosaltin.
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3 PCB've zarar vermemek icin, konektorleri cekmeden veya takmadan once
kaplamasiz bir metal parcaya dokunarak statik elektrigi yok edin.

4 Anahtar kutusu montaj plakasinin arkasindaki yedek PCB (A3P) artik glc
icerebilir. Servis yapmadan &nce, PCB (izerindeki yesil gdsterge 15181 SONENE
kadar en az 20 dakika bekleyin (asagidaki resme bakin).

5 inverter donaniminda servis islemine baglamadan 6nce dis Unitedeki fan
motorunun kavsak konektori X106A (A1P) cikarilmahdir. Canh parcalara
DOKUNMAMAVYA dikkat edin. (Eger bir fan kuvvetli rizgar ylizinden doénerse,
kapasitorde veya ana devrede elektrik yikleyebilir ve elektrik carpmasina yol
acabilir.)

6 Servis tamamlandiktan sonra, kavsak konektordnd tekrar yerine takin. Aksi

halde, E7 ariza kodu gorlintllenecek  ve normal isletim
GERCEKLESTIRILMEYECEKTIR.

Ayrintilar icin servis kapaginin arkasindaki etikette bulunan kablo semasina bakin.

Fana dikkat edin. Fan calisirken Unitede inceleme yapilmasi tehlikelidir. Ana salteri

kapatmayi ve dis Unitede yer alan kontrol devresinden sigortalari ¢ikarmayi ihmal
etmeyin.
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25.2 Dis Unitenin yilhik bakimiicin kontrol listesi

Asagidaki parametre ve bilesenleri en az yilda bir defa kontrol edin:

= |s1 esanjorl
Dis Unitenin 1sI esanjorlt zamanla toz, pislik, yaprak vb. nedeniyle tikanabilir. Isi
esanjorinin yillik olarak temizlenmesi 6nerilir. Tikanan bir i1si esanjéri basincin

cok fazla dismesine veya cok fazla ylikselmesine ve dolayisiyla performansin
dismesine neden olabilir.

25.3 Servis modu isletimi hakkinda

Sogutucu geri kazanma islemi/vakumlama islemi ayar [2-21] uygulanarak mumkin
olur. Mod 2'nin nasil ayarlanacagina dair ayrintilar icin bkz. "22.1 Saha ayarlarinin
yapilmasi" [» 121].

Vakumlama/geri kazanma modu kullanildiginda, baslamadan 6nce neyin
vakumlanmasi/geri kazanilmasi gerektigini cok dikkatli kontrol edin. Vakumlama ve
geri kazanma hakkinda daha fazla bilgi icin i¢ Gnitenin montaj kilavuzuna bakin.

25.3.1 Vakum modunu kullanmak igin

1 Unite calismazken, vakumlama modunu baslatmak icin [2-21] ayarini
etkinlestirin.

Sonug: Onaylandiginda, i¢ ve dis Unite genlesme valflari tam olarak acilacaktir.
O anda H1P yanar, tim ic Unitelerin kullanici arabirimi TEST (test isletimi) ve
(harici kontrol) gésterir ve isletim yasaklanir.

2 Sistemi bir vakum pompasiyla bosaltin.

Vakumlama modunu durdurmak icin BS1 butonuna basin.

25.3.2 Sogutucuyu geri kazanmak igin

Bu islem bir sogutucu geri kazanim Unitesiyle yapilmalidir. Vakumlama yontemi icin
aciklanan prosedurin aynisini izleyin.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
Bosaltma — Sogutucu akiskan kagagi. Sistemi bosaltmak istiyorsaniz ve sogutucu

akiskan devresinde bir kacak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucu akiskani dis Uniteye toplamak igin kullanabileceginiz,
Unitenin otomatik bosaltma islevini KULLANMAYIN. Olasi sonug: Hava, calisan
kompresore girebileceginden kompresor kendi kendine yanabilir ve patlayabilir.

= Unite kompresériiniin calismasina GEREK KALMAMASI icin ayri bir geri kazanim
sistemi kullanin.

DIKKAT
Sogutucu toplama islemi yapilirken hicbir sekilde yag toplama YAPILMADIGINDAN
emin olun. Ornek: Bir yag ayirici kullanarak.
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26 Sorun giderme
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26.1 Genel bakis: Sorun giderme

Sorun giderme 6ncesinde

Unitede bastan sona gozle muayene gerceklestirin ve gevsek baglantilar veya
kusurlu kablo baglantilari gibi belirgin kusurlari arayin.

26.2 Sorun giderme sirasinda dikkat edilecekler

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

ﬁ TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

UYARI
= Unitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA (nitenin ana

sebekeyle baglantisinin kesildiginden emin olun. ilgili devre kesiciyi kapatin.

= Bir emniyet cihazi faaliyete gectiginde, onu eski durumuna getirmeden 6nce
Uniteyi durdurun ve emniyet cihazinin neden harekete gectigini anlayin.
KESINLIKLE emniyet cihazlarinin yéniinii saptirmayin veya fabrika ayari disindaki
bir degere degistirmeyin. Sorunun nedenini bulamiyorsaniz, saticinizi arayin.

UYARI
Termal kesicinin yanhshkla sifirlanmasindan 6tiri dogabilecek bir tehlikeden

kacinmak icin, bu cihaza enerji zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
temin EDILMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak ACILIP KAPATILAN bir
devreye baglanmamalidir.

26.3 Hata kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin ¢gzimu

Bir ariza kodunun gortnttlenmesi durumunda, ariza kodu tablosunda aciklanan
dizeltici faaliyetleri yerine getirin.

Anormalligi dizelttikten sonra, ariza kodunu sifirlamak ve isletimi yeniden denemek
icin BS3 butonuna basin.

. BILGI
l Bir ariza olursa, hata kodu dis tnitenin 7-segmentli gorinti biriminde ve i¢ Unitenin
kullanici arayiziinde gorintilenir.
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26.3.1 Hata kodlari: Genel Bakis

Baska hata kodlarinin gérinmesi halinde, saticinizi arayin.

Ana kod Nedeni Coziim SVEO@ | svs®
AD- ¢+ |ic Unitelerden birindeki R32 sensori Olasl R32 kacagl. Sistem, tim sogutucuyu dis v v
bir sogutucu kacagi tespit etti' Uniteye depolamak icin otomatik olarak

sogutucu geri kazanim islemini baslatacaktir.
Sogutucu geri kazanma islemi
tamamlandiginda, sistem Unitesi kilitli
duruma gecer. Kagagi gidermek ve sistemi
etkinlestirmek icin servis gereklidir. Daha
fazla bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

AG/CH | Glvenlik sistemi hatasi (kacak tespiti)'® | Glvenlik sistemiyle ilgili bir hata olustu. v

Daha fazla bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

CH-0 ¢ |ic Unitelerden birinde R32 sensor PCB veya aktUator Gzerindeki baglantiyi v
arizasi kontrol edin.

Sistem calismaya devam edecektir, ancak
kapsamdaki i¢ Unite calismayi durduracaktir.
Daha fazla bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

CH-O ic Unitelerden birinde R32 sensori Sensorlerden biri kullanim 6mrinin sonunda
kullanim émrii sonu'® ve degistirilmesi gerekiyor.

Daha fazla bilgi igin servis kilavuzuna bakin.

CH-05 |l Unitelerden birinde R32 sensori R32 sensorlerinden biri kullanim émrinin
kullanim émri sonuna 6 ay kalmis® sonuna yaklasmis ve yakinda degistirilmesi
gerekecek.
CH- 10 |ic Unitelerden birinden R32 sensor i¢ Uinitelerden birinde R32 sensdriniin
degistirme onayi bekleniyor® degistirildiginin onaylanmasi bekleniyor.

Daha fazla bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

E3 = Bir dis Unitenin stop vanasl kapali|* Hem gaz hem de sivi tarafi stop vanasini v
kalmis. acin.
= Sogutucu asliri sarji = Gerekli sogutucu miktarini boru

uzunlugundan yeniden hesaplayin ve bir
sogutucu geri alma cihazi ile fazla
sogutucuyu geri alarak sogutucu sarj
seviyesini dizeltin.

EH = Bir dis Unitenin stop vanasl kapali|* Hem gaz hem de sivi tarafl stop vanasini v
kalmis. agin.
= Yetersiz sogutucu = jlave sogutucu sarjinin dogru bir sekilde
tamamlanip  tamamlanmadigini kontrol
edin. Gereken sogutucu miktarini boru
uzunlugundan tekrar hesaplayin ve yeterli
miktardaki sogutucuyu ilave edin.
Eq Elektronik genlesme valfi arizasi (Y1E) - | PCB veya aktUator Gzerindeki baglantiyi v
A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A) kontrol edin.
Montajci ve kullanici referans kilavuzu 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Ana kod Nedeni Coziim SVEO® | svs®
F3 = Bir dis Unitenin stop vanasl kapali|* Hem gaz hem de sivi tarafl stop vanasini v
kalmis. agin.
= Yetersiz sogutucu = jlave sogutucu sarjinin dogru bir sekilde
tamamlanip  tamamlanmadigini kontrol
edin. Gereken sogutucu miktarini boru
uzunlugundan tekrar hesaplayin ve yeterli
miktardaki sogutucuyu ilave edin.
F& Sogutucu asiri sarjl Gerekli sogutucu miktarini boru v
uzunlugundan yeniden hesaplayin ve bir
sogutucu geri alma cihazi ile fazla sogutucuyu
geri alarak sogutucu sarj seviyesini dizeltin.
HT Ortam sicaklik sensori arizasi (R1T) - | PCB veya aktlator Gzerindeki baglantiyi v
A1P (X18A) kontrol edin.
43 Cikis sicakhgl sensor arizasi (R21T): acik | PCB veya aktlator Gzerindeki baglantiyi v
devre / kisa devre - A1P (X19A) kontrol edin.
5 Emme sicakhgl sensor arizasi (R3T) - PCB veya aktlator Gzerindeki baglantiyi v
A1P (X30A) (suction) / (R5T) - A1P kontrol edin.
(X30A) (subcool)
G Sivi sicakhigl sensor (serpantin) arizasi | PCB veya aktlUator Gzerindeki baglantiyi v
(R4T) - A1P (X30A) kontrol edin.
7 Sivi sicakligl sensor (asirt sogutma HE | PCB veya aktlator Gzerindeki baglantiyi v
sonrasl) arizasl (R7T) - A1P (X30A) kontrol edin.
49 Gaz sicaklik sensorl (asiri sogutmadan | PCB veya aktlator Gzerindeki baglantiyi v
sonra HE) arizasi (R6T) - A1P (X30A) kontrol edin.
(asirrisitma)
A Yiksek basing sensor arizasi (SINPH): | PCB veya aktUator Gzerindeki baglantiyi v
acik devre / kisa devre - A1P (X32A) kontrol edin.
Jr Alcak basing sensor arizasi (SINPL): PCB veya aktUator Gzerindeki baglantiyi v
aclk devre / kisa devre - A1P (X31A) kontrol edin.
L iletim dis Gnite - inverter: INV1 / FAN1 |Baglantiyi kontrol edin. v
iletim sorunu
P INV1 dengesiz glic besleme gerilimi GUc¢ beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin.
Lz Yetersiz giris voltajl Girig voltajinin dogru olup olmadigini kontrol v
edin.
L3 Ariza kodu: Sistem test ¢alistirmasi Sistem test calistirmasini gerceklestirin.
henlz gerceklestiriimemis (sistem
isletimi mumkin degil)
LY Ic Uniteye gl gelmiyor. Dis Unite gl¢ kablosunun dogru baglanip v
baglanmadigini kontrol edin.
us = Sistem uyumsuzlugu. Yanlis tipteki i¢ | Diger i¢ Unitelerde ariza olup olmadigini v
Uniteler kombine edilmis (R410A, | kontrol edin ve i¢ Unite karisimina izin
R407C, RA, vs.) verildigini onaylayin.
= ic Unite arizasi
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Ana kod Nedeni Coziim SVEO@ | svs®
] Yanls tipte ic Uniteler baglanmis. Halihazirda bagli olan i¢ Unitelerin tiplerini v
kontrol edin. Dogru degillerse, dogrulari ile
degistirin.
LiH Uniteler arasinda hatali ara baglantilar. | Bagli olan BP {nitesinin F1 ve F2 ara v

baglantilarini dis Gnitenin PCB'sine dogru
olarak baglayin (BP UNITESINE). BP Unitesiyle
iletisimin etkinlestirildiginden emin olun.

[y
'f'l

kalmis.

= Belirlenen ¢

baglanmamis.

= Bir dis Unitenin stop vanasl kapali|= Hem gaz hem de sivi tarafi stop vanasini v

kablolari, dis

agin.

Unitenin  boru ve|= Belirlenen i¢ Unitenin boru ve kablolarinin,
Uniteye  dogru| dis Uniteye dogru baglandigini teyit edin.

@ SVEO terminali, belirtilen hatanin meydana gelmesi durumunda kapanan bir elektrik kontagi saglar.
) SVS terminali, belirtilen hatanin meydana gelmesi durumunda kapanan bir elektrik kontagi saglar.
© Hata kodu yalnizca hatanin olustugu i¢ Gnitenin kullanici arabiriminde gésterilir.

26.4 Sogutucu kacak tespit sistemi

Normal isletim

Normal isletim sirasinda, vyalniz alarm ve denetmen uzaktan kumandasinin
islevselligi yoktur. Uzaktan kumandanin ekrani yalniz alarm ve denetmen modunda
kapall olacaktir. Uzaktan kumandanin calismasi, kurucu mentsini acmak icin O]
digmesine basilarak kontrol edilebilir.

a " "
.. b . b i b
o] e[ c e[
4@ d@ | | e®
| f@
a Isipompasi dig Unitesi
b Sogutucu borulari
¢ VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Gnite
d Normal modda uzaktan kumanda
e Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda
f Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)

g Merkezi kumanda (opsiyonel)

Not: Sistemin baslatiimasi sirasinda uzaktan kumanda modu ekrandan
dogrulanabilir.

Kagak tespit isletimi

ic Unitedeki R32 sensérii bir sogutucu kacag tespit ederse, sizdiran ic Unitenin
uzaktan kumandasinin (ve varsa denetmen uzaktan kumandasinin) hem sesli hem
de gorunlr sinyalleri ile kullanici uyarilir. Ayni zamanda, i¢ Unitedeki sogutucu
miktarini azaltmak icin dis Unite sogutucu geri kazanim islemine baslayacaktir.

Sogutucu geri kazanimi isleminden sonra bir hata kodu gorintilenir ve Unite kilitli
durumdadir. Sizinti algilama isleminden sonra uzaktan kumandanin geri bildirimi
moduna baghdir.

Kacagi gidermek ve sistemi etkinlestirmek icin servis gereklidir. Daha fazla bilgi icin
servis kilavuzuna bakin.
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UYARI
Unite, glivenlik igin bir sogutucu kacak tespit sistemi ile donatilmistir.

Etkili olmasi igin, Unitenin montajdan sonra bakim haric her zaman elektrikle
beslenmesi GEREKIR.

- b
gii] CIJQT_hCIJj

df!‘\ i

Isi pompasi dig Unitesi

Sogutucu borulari

VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite

Normal modda uzaktan kumanda

Yalniz alarm modunda uzaktan kumanda

Denetmen modunda uzaktan kumanda (bazi durumlarda zorunlu)

Merkezi kumanda (opsiyonel)

Sogutucu kagagl

7 segmentli ekranda dis Unite ariza kodu

Bu uzaktan kumandadan 'A0O-11" hata kodu, sesli alarm ve kirmizi uyari sinyali
olusturulur.

k Bu uzaktan kumandada 'U9-02' hata kodu gorintilenir. Alarm veya uyari 15181 yok.
| Budenetmen uzak kumandasindan 'A0—-11' hata kodu, sesli alarm ve kirmizi uyari
sinyali olusturulur. Unite adresi bu uzaktan kumandada gériintilenir.

— =T - Qn T O

Not: Kacgak tespit alarmini uzaktan kumandadan ve uygulamadan durdurmak
mUmkdinddr. Alarmi uzaktan kumandadan durdurmak igin tu5una 3 saniye basin.

Not: Kacak tespiti SVS cikisini tetikler. Daha fazla bilgi icin bkz. "20.3 Harici c¢ikislari
baglamakicin" [» 116].

Not: Harici cihaz icin ¢ikis saglamak Uzere i¢ Uniteye opsiyonel bir ¢ikis PCB'si
eklenebilir. Kagak tespit edilmesi durumunda c¢ikis PCB'si tetikleyecektir. Kesin
model adi igin i¢ Unitenin opsiyon listesine bakin. Bu secenek hakkinda daha fazla
bilgi icin, opsiyonel ¢ikis PCB'sinin montaj kilavuzuna bakin

Not: Bazi merkezi kumandalar denetmen uzaktan kumandasi olarak da
kullanilabilir.  Bu Kurulum hakkinda daha fazla bilgi icin, litfen merkezi
kumandalarin montaj kilavuzuna basvurun.

DIKKAT

R32 sogutucu kagak sensori, R32 sogutucu disindaki maddeleri yanlis algilayabilen bir
yari iletken dedektérdiir. i¢ Gnitenin yakininda kimyasal maddeleri (6rn. organik
¢ozlculer, sac spreyi, boya) yiksek konsantrasyonlarda kullanmaktan kaginin, ¢inku
bu R32 sogutucu kagak sensoriinin yanlis algilamasina neden olabilir.
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27 Bertaraf

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.
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28 Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir kismini bolgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka
aciktir). En yeni teknik verilerin tamamini Daikin Business Portal icinde bulabilirsiniz
(kimlik dogrulamasi gereklidir).

Bu bolimde
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28.2  Boru semasi: Dis Unite
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28.1 Servis boslugu: Dis Unite

Emme tarafi Asagidaki resimlerde, emme tarafindaki servis alani 35°C DB sicakligini ve sogutma isletimini

beklendigi zaman.

esas alir. Asagidaki durumlarda daha fazla alan 6ngorilmelidir:
= Emme tarafi sicakligl dizenli olarak bu sicakligl astigl zaman.
= Dis Unitelerin 1si yiUkidnin dizenli olarak maksimum calisma kapasitesini asmasinin

Tahliye tarafi Uniteleri konumlandirirken sogutucu boru tesisatini dikkate alin. Yerlesiminiz asagidaki

yerlesimlerden hicbirine benzemiyorsa, saticiniza basvurun.

Tekli Gnite (@) | Tek sirali liniteler (@
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
= B — 2100
e, A, B,C — 2100"| 2100 | 2100
B,E — >100 21000 <500
A B CE |— 2150(| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — 2500 (21000 <500
B,D Ho>Hy >100 >500
HpsHy >100 2500
B,D, E Ho>Hy  |Hg<%H, >250 >750 (21000 <500
YsH, <Hg<H, >250 >1000/>1000| <500
Hg>Hy ® 1
HosHy  |Hos¥H, >100 >1000/21000 <500
Y%H <Hp<H, >200 >1000(21000 <500
Hp>Hy ®
A B, C — 2200"| 2300 [=1000
A B CE |— >200"| 2300 |>1000 21000 <500
D — 21000
D, E — 21000|21000| <500
B, D Ho>Hy >300 21000
HosH,  |Ho<%H, 2250 >1500
YaH, <Hp<H, 2300 21500
B,D,E Ho>Hy  |Hg<%H, >300 >1000/>1000| <500
YsH,<Hg<H, 2300 >1250(21000| <500
Hg>Hy ® 1+2
HosHy  |Hos¥H, >250 >1500(21000 <500
Y%sH <Hp<H, 2300 >1500|21000 <500
Ho>Hy o

W Servis kolayligl icin, 2250 mm'lik bir yan yana mesafe kullanin.

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB

Engeller (duvarlar/yonlendirme plakalari)

Engel (cati)

Unite ile engeller A, B, C, D ve E arasindaki minimum servis alani

Unite ile engel E'nin kenari arasindaki engel B yéniinde minimum mesafe
Unite ile engel E'nin kenari arasindaki engel D yéniinde maksimum mesafe
Unitenin yiksekligi

Engeller B ve D'nin ylksekligi

Tahliye edilen havanin initenin altindan emme tarafina geri akmasini 6nlemek icin
montaj sasesinin tabanini kapatin.

Maksimum iki Gnite kurulabilir.

izin verilmez
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rear=Cl
Cok sirali iiniteler (G 2 .7")

Hg Hy b [mm]
Hg<1%H, b=2250
Y2Hy<HgsH, b=300
Hg>H, (N

@ Servis kolayligi icin, 2250 mm'lik bir yan yana mesafe kullanin.

- o . @@@I
Istiflenmis liniteler (maks. 2 seviye) (E1E @ 1¥)

EJEJE] A1 A2
[ERENEN ™

ENENEN
ENENEN

B1 B2

ENENEN
ENENEN

@ Servis kolayligi icin, 2250 mm'lik bir yan yana mesafe kullanin.

A1=>A2 (A1) Ust ve alt Giniteler arasina drenajin damlama ve donma tehlikesi varsa...
(A2) Bu durumda (st ve alt tinitelerin arasina bir gat1 kurun. Ust Ginitenin alt
plakasinda buz birikmesini 6nlemek icin Ust Uniteyi alt Gnitenin yeterince yukarisina

kurun.

B1=>B2 (B1) Ust ve alt (initeler arasina drenajin damlama ve donma tehlikesi yoksa...
(B2) Bu durumda cati kurulmasi gerekmez, ancak tahliye edilen havanin tnitenin
altindan emme tarafina geri akmasini énlemek igin Ust ve alt Gnitelerin arasindaki

boslugu kapatin.
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28.2 Boru semasli: Dis Unite

Y4E (KR

Y2E

SINPL : n

Sivi

Gaz

Sarj agzi

Servis agzl
Durdurma vanasi
Sogutucu filtresi

Tek yollu vana
Basing bosaltma valfi
PCB sogutma

Distributor
Isi esanjoru
Akimdalator
Susturucu
Kapiler boru

BT O0O53 — X T DOy T

<
[=Y
(g}

Kompresor
Fan motoru

=
5

S1PH
SINPL
SINPH

Alcak basing sensori

Y1S 4 yolluvana

Cift borulu 1si esanjori

Kompresor akimulatord

Yuksek basing anahtari

Yiksek basing sensori

Y1E Elektronik genlesme vanasi
Y2E Elektronik genlesme vanasi
Y3E Elektronik genlesme vanasi
Y4E Elektronik genlesme vanasi
Y5E Elektronik genlesme vanasi
Y6E Elektronik genlesme vanasi

ana—EVM1)

ana—EVM2)

R1T
R3T
RAT
R5T
R6T
R7T
R10T
R21T

it

Termistorler:

Termistor (ortam)
Termistor (emme)
Termistor (sivi)
Termistor (asiri sogutma)
Termistor (asiri 1sitma)
Termistor (is1 esanjord)
Termistor (kanatgik)
Termistor (tahliye)

Sogutucu akisi:
Sogutma
Isitma

Montajci ve kullanici referans kilavuzu
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28.3 Kablo baglanti semasi: Dis Unite

Kablo semasi, Uniteyle birlikte verilir ve servis kapaginin icinde bulunur.

Semboller:

X1M Ana terminal

—— Toprak kablo baglantilari
15 Kablo numarasi 15

——————— Saha kablosu

Dl | @ Saha kablosu

©) Farkli kablo baglanti olasiliklari
i Secenek

o Anahtar kutusuna takili degil
L] Kablo modele bagli

L 1 Baski devre karti

Kablo baglanti semasi (tek faz modeller V1) icin agiklayici bilgiler:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
4P848372-1A - 2026.07

A1P Baski devre karti (ana)
A2P Baski devre karti (alt)
A4P Baski devre karti (sogutma/isitma secici)
BS* (A1P) Basma butonlar (mod, ayar, dondis, test, sifirla)
DS* (A1P) DIP anahtari
E1H Alt plaka isitici (opsiyonel)
E1HC Karter isiticisi
F1U (A1P) Sigorta (M 56 A / 250 V)
F1U (A2P) Sigorta (T 3,15A /250 V)
F1U Sigorta (T 1,0 A/ 250 V)
F2U (A1P) Sigorta (T6,3A/250V)
F3U (A1P) Sigorta (T6,3A/250V)
F6U (A1P) Sigorta (T 5,0 A/ 250 V)
HAP (A1P) Calisma LED'i (servis monitoru yesil)
K*M (A1P) PCB Uzerindeki kontaktor
K*R (A*P) PCB Uzerindeki role
M1C Motor (kompresor)
M1F Motor (fan)
PS (A*P) Anahtarlamali giic besleme
Ql Asiri yik anahtari
Q1DI Toprak kacagl devre kesici (sahadan temin edilir)
R1T Termistor (ortam)
R3T Termistor (emme)
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R4T Termistor (sivi)

R5T Termistor (asiri sogutma)

R6T Termistor (asiri 1sitma)

R7T Termistor (1si esanjord)

R10T Termistor (kanatcik)

R21T Termistor (tahliye)

R*T PTC termistor

SINPH Yiksek basing sensori

SINPL Alcak basing sensort

S1PH Yiksek basing anahtari

S1S Hava kontrol anahtari (opsiyon)
S2S Sogutma/isitma segcici anahtari (opsiyon)

SEG* (A1P) 7 segmentli ekran

SFB Mekanik havalandirma hata girisi (sahadan temin edilir)
V1R, V2R (A1P) IGBT gii¢ moduli

V3R (A1P) Diyot modiil

X*A PCB konektori

X*M Terminal seridi

X*Y Konektor

Y1E Elektronik genlesme vanasi (ana — EVM1)

Y2E Elektronik genlesme vanasi (EVT)

Y3E Elektronik genlesme vanasi (ana — EVM?2)

YAE Elektronik genlesme vanasi (EVL)

Y5E Elektronik genlesme vanasi (EVSL)

Y6E Elektronik genlesme vanasi (EVSG)

Y1S Solenoid valf (4 yollu vana)

Y3S Hata islemi ¢ikisi (SVEQ) (sahadan temin edilir)
Y4S Kacak sensori cikisi (SVS) (sahadan temin edilir)
7*C GUraltu filtresi (ferrit nive)

Z*F (A*P) GUraltd filtresi

Kablo baglanti semasi (ii¢ faz modeller Y1) icin agiklayici bilgiler:

A1P Baski devre karti (ana)
A2P Baski devre karti (alt)
A4P Baski devre karti (sogutma/isitma secici)
A5P Baski devre karti (gurdltd filtresi)
BS* (A1P) Basma butonlar (mod, ayar, donus, test, sifirla)
C* (A1P) Kapasitorler
DS* (A1P) DIP anahtari
Montajci ve kullanici referans kilavuzu PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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E1H
E1HC

F1U (A1P)
F1U (A2P)
F1U

F6U (A1P)
F7U (A1P)
HAP (A1P)
K*M (A1P)
K*R (A*P)
LIR (A*P)
M1C

M1F

PS (A*P)
Ql

Q1D

R* (A*P)
R1T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R10T
R21T

R*T
SINPH
SINPL
S1PH

515

525

SEG* (A1P)
SFB

V*D
VIR, V2R (A1P)
V3R (A1P)
X*A

X*M

Alt plaka isitici (opsiyonel)

Karter isiticisi

Sigorta (T6,3A/250V)

Sigorta (T 3,15 A/ 250 V)

Sigorta (T1,0A/250V)

Sigorta (T6,3A/250V)

Sigorta (T5,0A/250V)

Calisma LED'i (servis monitord yesil)

PCB Uzerindeki kontaktor

PCB Uzerindeki role

Reaktor

Motor (kompresor)

Motor (fan)

Anahtarlamali glic besleme

Asiri yik anahtari

Toprak kacagi devre kesici (sahadan temin edilir)
Direng

Termistor (ortam)

Termistor (emme)

Termistor (sivi)

Termistor (asiri sogutma)
Termistor (asiri 1sitma)
Termistor (1si esanjord)
Termistor (kanatgik)
Termistor (tahliye)
PTC termistor

Yiksek basing sensori

Alcak basing sensori

Yiksek basing anahtari

Hava kontrol anahtari (opsiyon)

Sogutma/isitma segcici anahtari (opsiyon)

7 segmentli ekran

Mekanik havalandirma hata girisi (sahadan temin edilir)
Diyot moddli

IGBT glic modull

Diyot moddli

PCB konektori

Terminal seridi
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X*Y
Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1S
Y3s
7S
Z*C
Z*F (A*P)

Konektor

Elektronik genlesme vanasi (ana — EVM1)
Elektronik genlesme vanasi (EVT)
Elektronik genlesme vanasi (ana — EVM?2)
Elektronik genlesme vanasi (EVL)
Elektronik genlesme vanasi (EVSL)
Elektronik genlesme vanasi (EVSG)
Solenoid valf (4 yollu vana)
Hata islemi ¢ikisi (SVEO) (sahadan temin edilir)
Kacak sensorl cgikis (SVS) (sahadan temin edilir)
GUraltu filtresi (ferrit nive)

Guralta filtresi
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29 Sozluk

Satici
Uriin igin satis distribGtoradr.

Yetkili montér
Urlintin montajini yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kisidir.

Kullanici
Uriintin sahibi olan ve/veya trini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grtn ya da uygulama alani icin ilgili ve gecerli olan tim uluslararasi,
Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, dizenlemeler ve/veya
yonetmelikler.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisi gerceklestirme veya koordine etme kabiliyetine
sahip yetkili sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin tanimlanmis montaj, yapilandirma ve
bakiminin nasil yapilacagini agiklayan talimat el kitabidir.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin tanimlanmis, nasil calistirilacagini
aciklayan talimat el kitabidir.

Bakim talimatlarn
Uriin veya uygulama (ilgili ise) montaji, yapilandirmasi, calistirmasi ve/veya
bakiminin nasil yapilacagini aciklayan, belirli bir Grin veya uygulama igin
tanimlanmis talimat el kitabidir.

Aksesuarlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gore monte edilmesi gereken ve Urln ile birlikte
teslim edilen ekipman, etiket, kilavuz ve bilgi formlaridir.

Opsiyonel cihazlar
Ekli belgelerdeki talimatlara gore Urtinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan Uretilmis veya onaylanmis ekipmanlardir.

Sahadan temin edilir
Ekli belgelerdeki talimatlara gore lrlinle kombine edilebilen, Daikin
tarafindan URETILMEMIS ekipmanlardir.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S sistemi klima
4P848372-1A - 2026.07

| 4 DAIKIN Montajci ve kullanici referans kilavuzu
161









EAL

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P848372-1A 2026.07



	Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu
	İçindekiler
	1 Bu doküman hakkında
	1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları

	2 Genel güvenlik önlemleri
	Bu bölümde
	2.1 Montör için
	2.1.1 Genel
	2.1.2 Montaj sahası
	2.1.3 Soğutucu — R410A veya R32 olması durumunda
	2.1.4 Elektrik


	3 Özel montör güvenlik talimatları
	3.1 R32 soğutucu kullanan ekipmanlar için talimatlar

	Kullanıcı için
	4 Kullanıcı güvenlik talimatları
	Bu bölümde
	4.1 Genel
	4.2 Güvenli işletim için talimatlar

	5 Sistem hakkında
	5.1 Sistem montaj planı

	6 Kullanıcı arabirimi
	7 İşletim
	Bu bölümde
	7.1 İşletim öncesinde
	7.2 Çalışma aralığı
	7.3 Sistemin çalıştırılması
	7.3.1 Sistemin çalıştırılması hakkında
	7.3.2 Soğutma, ısıtma, yalnız fan ve otomatik işletim hakkında
	7.3.3 Isıtma işletimi hakkında
	7.3.4 Sistemi çalıştırmak için (soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı OLMADAN)
	7.3.5 Sistemi çalıştırmak için (soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı İLE)

	7.4 Kurutma programının kullanılması
	7.4.1 Kurutma programı hakkında
	7.4.2 Kurutma programını kullanmak için (soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı OLMADAN)
	7.4.3 Kurutma programını kullanmak için (soğutma/ısıtma uzaktan kumanda geçiş anahtarı İLE)

	7.5 Hava akış yönünün ayarlanması
	7.5.1 Hava akış kapağı hakkında

	7.6 Ana kullanıcı arabiriminin ayarlanması
	7.6.1 Ana kullanıcı arabiriminin ayarlanması hakkında
	7.6.2 Ana kullanıcı arabirimini belirlemek için


	8 Enerji tasarrufu ve optimum işletim
	Bu bölümde
	8.1 Kullanılabilir ana işletim yöntemleri
	8.2 Mevcut konfor ayarları

	9 Bakım ve servis
	Bu bölümde
	9.1 Bakım ve servis için önlemler
	9.2 Soğutucu hakkında
	9.3 Satış sonrası servis
	9.3.1 Önerilen bakım ve muayene
	9.3.2 Önerilen bakım ve muayene periyotları
	9.3.3 Kısaltılmış bakım ve yenileme periyotları


	10 Sorun giderme
	Bu bölümde
	10.1 Hata kodları: Genel Bakış
	10.2 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler
	10.2.1 Belirti: Sistem çalışmıyor
	10.2.2 Belirti: Soğutma/Isıtma geçişi yapılamıyor
	10.2.3 Belirti: Fan işletimi mümkündür ancak soğutma ve ısıtma çalışmaz
	10.2.4 Belirti: Fan hızı, ayar değerine karşılık gelmiyor
	10.2.5 Belirti: Fan yönü ayar ile uyuşmuyor
	10.2.6 Belirti: Bir üniteden (İç ünite) beyaz buğu çıkıyor
	10.2.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor
	10.2.8 Belirti: Kullanıcı arabirimi üzerinde "U4" veya "U5" görüntülenir ve çalışma durur ancak ardından birkaç dakika sonra tekrar başlar
	10.2.9 Belirti: Klimaların gürültüsü (İç ünite)
	10.2.10 Belirti: Klimaların gürültüsü (İç ünite, dış ünite)
	10.2.11 Belirti: Klimaların gürültüsü (Dış ünite)
	10.2.12 Belirti: Üniteden toz çıkıyor
	10.2.13 Belirti: Üniteler koku salabilir
	10.2.14 Belirti: Dış ünite fanı dönmüyor
	10.2.15 Belirti: Kısa bir ısıtma işletiminden sonra dış ünitedeki kompresör durmuyor
	10.2.16 Belirti: Ünite durduğunda bile dış ünitenin içi sıcak
	10.2.17 Belirti: İç ünite durdurulduğunda sıcak hava hissediliyor


	11 Yer değiştirme
	12 Bertaraf
	13 Teknik veriler
	13.1 Eco Design gereklilikleri

	Montör için
	14 Kutu hakkında
	14.1 Dış ünite
	14.1.1 Dış üniteyi ambalajından çıkarmak için
	14.1.2 Dış üniteyi taşımak için
	14.1.3 Aksesuarları dış üniteden sökmek için


	15 Üniteler ve seçenekler hakkında
	Bu bölümde
	15.1 Kimlik
	15.1.1 Tanım etiketi: Dış ünite

	15.2 Dış ünite hakkında
	15.3 Sistem montaj planı
	15.4 Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler
	15.4.1 Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler hakkında
	15.4.2 İç ünitelerin olası kombinasyonları
	15.4.3 Dış ünite için olası seçenekler


	16 R32 üniteler için özel gereklilikler
	Bu bölümde
	16.1 Montaj alanı gereksinimleri
	16.2 Sistem düzeni gereksinimleri
	16.3 Şarj sınırını belirlemek için

	17 Ünite montajı
	Bu bölümde
	17.1 Montaj sahasının hazırlanması
	17.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri
	17.1.2 Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri

	17.2 Ünitenin açılması ve kapatılması
	17.2.1 Ünitelerin açılması hakkında
	17.2.2 Dış üniteyi açmak için
	17.2.3 Dış üniteyi kapatmak için

	17.3 Dış ünitenin montajı
	17.3.1 Dış üniteyi monte etme hakkında
	17.3.2 Dış ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler
	17.3.3 Montaj yapısını sağlamak için
	17.3.4 Dış üniteyi monte etmek için
	17.3.5 Tahliyeyi sağlamak için
	17.3.6 Dış ünitenin düşmesini önlemek için


	18 Boru tesisatı
	Bu bölümde
	18.1 Soğutucu borularının hazırlanması
	18.1.1 Soğutucu boru gereksinimleri
	18.1.2 Soğutucu borularının malzemesi
	18.1.3 Soğutucu borularının yalıtımı
	18.1.4 Boru ebadını seçmek için
	A: Dış ünite ile (birinci) soğutucu branşman kiti arasındaki borular
	B: Soğutucu branşman kitleri arasındaki borular
	C: Soğutucu branşman kiti ile iç ünite arasındaki borular

	18.1.5 Soğutucu branşman kitlerini seçmek için
	18.1.6 Soğutucu boru uzunluğu ve yükseklik farkı

	18.2 Soğutucu borularının bağlanması
	18.2.1 Soğutucu borularının bağlanması hakkında
	18.2.2 Soğutucu borularının bağlantısı yapılırken dikkat edilecekler
	18.2.3 Boru bükme esasları
	18.2.4 Uçları ezilmiş boruları sökmek için
	18.2.5 Boru ucuna sert lehim yapmak için
	18.2.6 Stop vanası ve servis ağzı kullanımı
	Stop vanası işlemi için
	Durdurma vanasını açmak/kapatmak için
	Servis ağzı işlemi için
	Sıkma torkları

	18.2.7 Soğutucu borularını dış üniteye bağlamak için
	18.2.8 Soğutucu branşman kitini bağlamak için

	18.3 Değiştirme durumunda boru ayrıntıları
	18.4 Soğutucu akışkan borularının kontrolü
	18.4.1 Soğutucu borularının kontrol edilmesi hakkında
	18.4.2 Soğutucu borularının kontrol edilmesi: Genel esaslar
	18.4.3 Soğutucu borularının kontrol edilmesi: Kurulum
	18.4.4 Kaçak testini yapmak için
	Vakum sızdırmazlık testi
	Basınç sızdırmazlık testi
	Soğutucu şarj ettikten sonra kaçakları kontrol etmek için

	18.4.5 Vakumla kurutma yapmak için


	19 Soğutucu akışkan doldurma
	Bu bölümde
	19.1 Soğutucu şarjı yapılırken dikkat edilecekler
	19.2 Soğutucu şarj etme hakkında
	19.3 Soğutucu hakkında
	19.4 İlave soğutucu miktarını belirlemek için
	19.5 Soğutucu şarj etmek için
	19.6 Soğutucu şarjı yapılırken hata kodları
	19.7 Florlu sera gazları etiketini yapıştırmak için
	19.8 Soğutucu şarj ettikten sonra soğutucu boru bağlantı yerlerini kaçaklar açısından kontrol etmek için
	19.9 Soğutucu borularını yalıtmak için

	20 Elektrik tesisatı
	Bu bölümde
	20.1 Elektrik kablolarının bağlanması hakkında
	20.1.1 Elektrik kabloları bağlanırken önlemler
	20.1.2 Elektrik kabloları hakkında
	20.1.3 Montaj deliklerinin açılması için uyulacak esaslar
	20.1.4 Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler
	20.1.5 Elektrik uyumluluğu hakkında
	20.1.6 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları

	20.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için
	20.3 Harici çıkışları bağlamak için
	20.4 Soğutma/ısıtma seçici anahtar seçeneğini bağlamak için
	20.5 Kompresörün yalıtım direncini kontrol etmek için

	21 Dış ünitenin montajının tamamlanması
	21.1 Soğutucu borularını yalıtmak için

	22 Yapılandırma
	Bu bölümde
	22.1 Saha ayarlarının yapılması
	22.1.1 Saha ayarlarının yapılması hakkında
	22.1.2 Saha ayar bileşenlerine erişmek için
	22.1.3 Saha ayar bileşenleri
	22.1.4 Mod 1 veya 2'ye erişmek için
	22.1.5 Mod 1'i kullanmak için
	22.1.6 Mod 2'yi kullanmak için
	22.1.7 Mod 1: izleme ayarları
	22.1.8 Mod 2: saha ayarları

	22.2 Enerji tasarrufu ve optimum işletim
	22.2.1 Kullanılabilir ana işletim yöntemleri
	22.2.2 Mevcut konfor ayarları
	22.2.3 Örnek: Soğutma sırasında otomatik mod
	22.2.4 Örnek: Isıtma sırasında otomatik mod


	23 İşletmeye alma
	Bu bölümde
	23.1 Devreye alma sırasında dikkat edilecekler
	23.2 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi
	23.3 Devreye alma sırasında kontrol listesi
	23.4 Sistem test çalıştırması hakkında
	23.5 Bir test çalıştırması gerçekleştirmek için (7 segmentli ekran)
	23.6 Test çalıştırmasının anormal tamamlanması sonrasında düzeltme

	24 Kullanıcıya teslim
	25 Bakım ve servis
	Bu bölümde
	25.1 Bakım güvenlik önlemleri
	25.1.1 Elektrik tehlikelerini önlemek için

	25.2 Dış ünitenin yıllık bakımı için kontrol listesi
	25.3 Servis modu işletimi hakkında
	25.3.1 Vakum modunu kullanmak için
	25.3.2 Soğutucuyu geri kazanmak için


	26 Sorun giderme
	Bu bölümde
	26.1 Genel bakış: Sorun giderme
	26.2 Sorun giderme sırasında dikkat edilecekler
	26.3 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü
	26.3.1 Hata kodları: Genel Bakış

	26.4 Soğutucu kaçak tespit sistemi

	27 Bertaraf
	28 Teknik veriler
	Bu bölümde
	28.1 Servis boşluğu: Dış ünite
	28.2 Boru şeması: Dış ünite
	28.3 Kablo bağlantı şeması: Dış ünite

	29 Sözlük


	df87d6dc-2481-4d61-814e-aad8502d4ed5: Off
	23aa4542-eb1d-4f94-b9be-148cf4ed8146: Off
	5386a8c0-3e26-4569-83b8-671cf96aa2fa: Off
	b4b408f5-94e7-417a-94bf-66d0e46d6e90: Off
	5c5eb837-46a5-4056-a3e3-fbc4802cda9f: Off
	13ba7266-125e-4dea-8198-ecd5cb20e9f9: Off
	370cc0de-52b9-4e44-bb97-bf3eb8600a1e: Off
	6cb26a52-202e-443d-bed2-5403c7e295f7: Off
	95cde692-088e-4542-bb2b-210126ee73a6: Off
	896fffca-1889-440b-a98e-0041c0340d5d: Off
	6916f79d-425f-49ed-be21-03966f47b127: Off
	38279786-b746-4e8a-aa66-5cc7c6041732: Off
	98e74cd8-c330-47c7-bf60-2d6597ff4722: Off
	a62d3960-e54d-4f8e-962a-af7007262295: Off
	417ff28b-8654-4154-b191-6a41c0b4e483: Off
	d50e577c-6681-44c2-99d2-c93f854825ab: Off
	3dc1122f-600c-4bc7-81ea-df2b7010605f: Off
	2461469e-e01d-43b7-8c24-39f4c1c9e7cb: Off
	55011e85-4b03-49ca-a09f-9a5c88237f81: Off


