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1 | Altaldnos biztonsagi el8irdsok

1 Altalanos biztonsagi el8irasok

1.1 A dokumentum bemutatdsa

= Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelvd. A tdbbi nyelv( vdltozat az eredeti

szovegének a forditasa.

= A dokumentumban leirt évintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed

le, ezért pontosan kévesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési

kézikonyvben, valamint a

beszereléshez adott referencia Utmutatdban leirt 6sszes tevékenységet CSAK az

erre jogosult szakember végezheti el.

1.1.1 Afigyelmeztetések és szimbdlumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

didle

forrazas veszélye.

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas hémérséklet miatt fennall az égés/

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbanas veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérlés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO
Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

-] O B BB P

Az egységen hasznalt jelolések:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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1 | Altaldnos biztonsagi el8irasok

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

|I|| Tovébbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.

‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

1.2 Afelhasznalonak

A

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet, Iépjen kapcsolatba
szerelGjével.

A

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek és 8 év alatti
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy feligyelete mellett hasznalhatjak, aki Ggyel
rajuk, vagy elldtia 6ket a berendezés biztonsagos hasznalatdra vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitdst és karbantartdast NEM végezhet el gyermek feln6tt felligyelete nélkul.

FIGYELEM
Az aramUtést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b§ vizzel lemosni!
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmaszni, fellilni vagy felallni.

RXYSCQ4~6TMV1B
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1 | Altaldnos biztonsagi el8irdsok

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:
(]

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készilék szétszerelését, a h(tbkozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
GUzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el8irds szerinti elhelyezésével egyben megel&zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatésagok szolgalhatnak.

= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerlilhetnek a nem szelektiven gydjtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathatd, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciét meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kovetkez6k lehetnek: Pb: élom (>0,004%).
Az elhasznalddott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhasznalddott elemek el6irds szerinti

elhelyezésével egyben megeldzheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

1.3 Atelepitének

1.3.1 Altalanos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazoéjaval.

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad m(ikod6 rendszernél vagy a muikodés utdn kozvetlentl a
hiitékozegesovekhez, a vizesovekhez vagy a belsé alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védskeszty(it.

= Avéletlenll szivargd hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM
A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészitok helytelen

csatlakoztatdsa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitds hidnyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opciondlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM
Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhasznalt alapanyagok

kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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1 | Altaldnos biztonsagi el8irasok

FIGYELEM

A muianyag csomagoldé tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kévetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viselien megfelel6
véddfelszerelést (véddkeszty(t és -szemiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felalini.

0 B BB PP

MEGJEGYZES

A kultéri egységen végzett munkakat ajanlott széraz id6jarasi kortlmények kozott
végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz6konyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkez6 informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldabb a kovetkezd informaciét is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatas a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén

= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime

= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurdépdban

1.3.2 Felszerelés helye

az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé Utmutatdsokat.

= Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és

rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6z6nyildasokat.

= Gy6zEdjon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kornyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hullamokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdgneses hullamok megzavarhatjak a vezérl6 rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargasa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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1 | Altaldnos biztonsagi el8irdsok

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.
1.3.3 HU{tékozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szereldi referencia-Utmutatdjat.

(v

) VESZELY: ROBBANASVESZELY
£

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbol:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas funkciéjat, amellyel
rendszerb8l minden h(t6kozeget a kultéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A miikédd kompresszorba bejutd levegé oOngyulladast és
robbanasr okoz.

® Haszndljon kilon begyljté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
tzemelni.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomasnal (lasd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld ovintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracid zart térben oxigénhidnyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A hiit6folyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. HitSkozeget CSAK a
tOmitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejutd oxigén dngyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibdsoddsanak elkeriilése érdekében NE toltsén be tobb
hiit6kozeget megadott mennyiségnél.

® Ha a htit6kozegrendszert meg kell bontani, a hlit6kozeg kezelését a vonatkozo
el6irasoknak megfelel6en KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csdovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csGszerelés készen van, akkor ellendrizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gdzszivargast nitrogénnel ellendrizze.

Q@ o BB B P

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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1.3.4 Sésviz

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattdblat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatod hit6kdzeg tipusa
és a szlikséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gydrilag fel van toltve hlit6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektél és a cs6hosszaktol flggden
hlt6kozeg-utantoltésre lehet szlikség.

= A kell6 nyomasallésag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelézése érdekében KIZAROLAG a hiit6kozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlit6kozeget az aldbbiak szerint:

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

= A hit6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazéllapotu
hitékozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmaradod
nyomas tovabbi hiit6kozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kovetkezmény:
Hibas hit6kozeg-mennyiség.

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szerel8i referencia-Utmutatdjat.

FIGYELEM

A sés viz kivalasztasanak 6sszhangban KELL lennie a vonatkozé jogszabalyokkal.

FIGYELEM

A sOs viz szivargdsa esetén tegye meg a megfelel6 ovintézkedéseket. Ha
sosvizszivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a teriletet, és értesitse a helyi
markaképviseletet.

> B

FIGYELEM

A kornyezeti h6mérséklet az egység belsejében sokkal magasabb lehet, mint a szoba
h&mérséklete (példaul 70°C). Sés viz szivargasa esetén az egység belsejében taldlhato
forro alkatrészek veszélyes helyzetet idézhetnek eld.

>

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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FIGYELEM
Az egység telepitésének és hasznalaténak meg KELL felelnie a vonatkozd

jogszabalyokban foglalt biztonsagi és kornyezetvédelmi el6irdsoknak.

1.3.5 Viz

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informacidkért tekintse meg alkalmazasa szerelési
kézikonyvét vagy szerel6i referencia-Utmutatoéjat.

MEGJEGYZES
Kizarolag a 2020/2184 EU-irdnyelvnek megfelel minéségl vizet hasznaljon.

1.3.6 Elektromos

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden dramforrast, miel6tt eltdvolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltdvolitasa utan NE hagyja felugyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden pdlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategdriaju tulfesziltség [épne fel.

>

FIGYELEM

= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

>

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irasoknak.

= A helyszini huzalozdsi munkdlatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiils6 nyomas.

® Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kulon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapellatasrol tzemeltetni.

Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlikséges biztositékok és
megszakitok.

Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitét. Ennek elmulasztasa
aramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozo biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezérta-e a fedeleket.

VIGYAZAT

= Atdpkdbel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kdsse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutan a
foldelévezetéket.

= A tapkdbel feszultségmentesitSje és maga a csatlakozdblokk kozotti tdpvezetékek
hosszadt Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

MEGJEGYZES
A tapfesziltség bekotésére vonatkozo elSirasok:
( 1 ) eon @
v X X

NE csatlakoztasson eltér6 keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

" Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa Sket.

= A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
jol meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kilsé er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

A csatlakozdk csavarjainak meghuzdsahoz haszndljon megfelel6 csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkdbelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radidkészulékektdl. A radidjel hulldmhosszatdl fliggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsag sem elégséges.

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhato, ha az dramellatds haromfazist és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség fazisai felcserél6dhetnek, akkor a rendszert kils6 fazissorrend-
védelemmel kell elldtni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibasodhatnak.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 A dokumentum bemutatasa

2.1 A dokumentum bemutatdsa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

. INFORMACIO

l A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, kénnylipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett
tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez&kbdl all:

= Altalanos biztonsagi elGirasok:
- Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés el6tt el kell olvasni
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
- Szerelési és Gzemeltetési utasitasok
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Referencia Utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

- Részletes |épésrél-lépésre bemutatott utasitdsok és hattérinformaciok az
alapszintd és haladé hasznalathoz

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

A mellékelt dokumentdcid legujabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezhetdék be.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tobbi nyelvd véltozat az Utmutaté
eredeti szovegének a forditasa.

Miiszaki adatok
= A mdUszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentaciéja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhaté (jelszo szikséges).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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3 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

Iil Torékeny.

Az egység maradjon allo helyzetben, hogy a kompresszor ne sériljon
meg.

3.1 Kultéri egység

3.1.1 AKkultéri egység kicsomagolasa

3.1.2 Akultéri egység kezelése

VIGYAZAT
A sérilések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg&bemenetét

vagy aluminium bordait.

Targonca. Amig az egység a raklapon marad, targoncaval szallithatd.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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3.1.3 Tartozékok leszerelése a kiltéri egységrol

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "6.2.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 35].

2 Tavolitsa el a tartozékokat.

Pl P——

a Altaldnos biztonsagi el6irasok

b Kultéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve

¢ Cimke a fluortartalmd, Gveghdzhatast okozo gazokrol

d Uzembe helyezési tajékoztatd matrica

e Gazoldali tartozékes6 (csak RXYSCQ6 esetében)

f Kabelszoritd
RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés 17

4P404224-1D - 2025.11



4 | Egységek és opcidk

4 Egysegek es opciok

Ebben a fejezetben

4.1
4.2

43
4.4

4.1 Azonositas

Azonosités

411

A kultéri egységrél
Arendszer elrendezése

Azonositasi cimke: Kultéri egység

Egységek és beallitasok kombinacidja..............

441
442
443

Az egységek és beallitdsok kombinaciojardl..
Beltéri egységek lehetséges kombinacidi......
A kultéri egység opcioi

®

MEGJEGYZES

Tobb készulék egyszerre torténé tizembe helyezése vagy szervizelése esetén ligyeljen
ra, hogy NE cserélje 0ssze a kilonb6zé modellek szervizpaneljeit.

4.1.1 Azonositasi cimke: Kiltéri egység

Hely

O

N\

A modellek azonositasa

Példa: RXYSCQ4 TM V1B [*]

Kod

Magyarazat

Hatott kiltéri levegd

H&szivattyu (nincs folyamatos flités)

Egyetlen modul

SC

Compact S sorozat

R410A hitskozeg

4~6

Teljesitményosztaly

™

VRV |V sorozat

Vi1

Tapfesziltség

B

Eurdpai orszagok

[*]

Kisebb modellmddositas jeldlése

4.2 Akultéri egységrdl

Ez a szerelési kézikonyv a VRV IV-S, teljes inverteres, hészivattyus rendszerre
vonatkozik.

Az egységeket kultéri Gzemre, levegb-levegd hészivattyus rendszerekkel végzett
flitési célokra tervezték.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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4.3 Arendszer elrendezése

Miiszaki adatok RXYSCQ4~6
Teljesitmény Fltés 14,2~18,0 kW
H(tés 12,1~15,5 kW
Kiltéri tervezési Flités —20~15,5°C WB
hémérséklet Hiités _5~46°C DB
INFORMACIO

i @

A kovetkez6 dbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

INFORMACIO

A beltéri egységek nem hasznalhatdk tetszéleges 6sszedllitasban, az Utmutatot lasd:
"4.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacioi" [» 20].

i @

f f

= 1

g g

VRV IV-S hészivattyu kiltéri egysége

Hlt6kozegesovek

VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység

Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kozvetlen expanzids (DX) beltéri
egységekre kell csatlakoztatni)

Residential Air (RA) kbzvetlen expanzids (DX) beltéri egységek

g Kezel6felllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak megfelel&)

D Qn TO

-+

4.4 Egységek és beallitasok kombinacidja

. INFORMACIO
l Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdék.

4.4.1 Azegységek és bedllitasok kombinacidjaral

MEGJEGYZES
A rendszer (kultéri egység+beltéri egység(ek)) megfelelé mikodésének biztositasa

érdekében a VRV hdészivattyu legfrissebb miszaki adatait kell hasznalni.

A VRV IV-S hészivattyus rendszer kilonféle tipusu beltéri egységekkel hasznalhato,
és kizarolag R410A-val végzett mikodésre tervezték.

A VRV IV-S termékkataldgusaban megtaldlja, hogy mely egységek hasznalhatok.

Az adatokban attekintés taldlhat arrdl, hogy a beltéri és kultéri egységek milyen
kombinacidban hasznalhaték. Nem minden kombindcié engedélyezett. Az
Osszedllitasi lehetdségeket szabalyok hatarozzdak meg (klltéri-beltéri egységek

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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4 | Egységek és opcidk

kombinacidja, beltéri egységek kombinacidja, stb.), melyeket a mdiszaki adatok
tartalmaznak.

4.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacioi

Altaldnossagban az alabbi beltéri egységek csatlakoztathatok a VRV hészivattyus
rendszerhez. A felsorolds nem teljes, és a lehet6ségeket a kultéri és beltéri
egységek tipusa egyarant meghatarozza.

= VRV kozvetlen expanzids (DX) beltéri egységek (levegb-levegd rendszerek).

= SA/RA (Sky Air/Residential Air) kozvetlen expanzids (DX) beltéri egységek (levegs-
leveg6 rendszerek). A tovdbbiakban RA DX beltéri egységek. Ezekhez a beltéri
egységekhez PB box szlikséges.

= AHU (levegs-levegd rendszerek): az alabbi két kombinacié egyikét telepiteni kell:
- EKEXV—készlet + EKEQ—doboz.
- EKEXVA-készlet + EKEACBVE-doboz.

= Légflggony (levegb-levegé rendszerek): A tovabbi informacidkat az adatkdnyv
kombindcids tablazataban talal.

. INFORMACIO
l = VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem megengedett.

= RA DX és AHU beltéri egységek kombindcidja nem megengedett.

= RA DX és beltéri légflggony egységek kombinacidja nem megengedett.

4.4.3 Aklltéri egység opcioi

INFORMACIO

o
l Az elérhet6 opciok legljabb elnevezéseit a miszaki adatok tartalmazzak.

H(it6kozeg-leagazdkészlet

Leiras Modellnév
REFNET fej KHRQ22M?29H
REFNET idom KHRQ22M20TA

A megfelel§ ledgazokészlet kivdlasztdsdhoz 1dsd: "5.2.4 A hitékozeg-
ledgazdkészletek kivalasztasa" [» 29].

Kiilsé vezérl6adapter (DTA104A61/62)

Kils6 vezérl6adapter hasznalhato egy adott Gzemmadd kdzponti vezérlésrél érkezd
kils6 bemenettel végzett irdnyitdsahoz. (Csoportos vagy egyéni) utasitasok
adhatok halk Gzemmad és korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmaod inditasara.

A kils6 vezérld adaptert a beltéri egységbe kell beszerelni.

PC-konfiguralé kabel (EKPCCAB*)

Szamos helyszini belizemelési bedllitds is elvégezhetd a személyi szamitégép
kezel6felliletén. Ehhez a lehet&séghez EKPCCAB* szikséges, mely a kultéri
egységgel végzett kommunikaciora szolgdld kabel. A http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/  weboldalon
elérhet6 kezel6felllet-szoftverek.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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5 El6készuletek

Ebben a fejezetben

5.1

52

53

A berendezés NelyENek EIGKESZITESE.........ooi ittt ettt ettt es et 21
5.1.1 A kultéri egység izembe helyezései kovetelményei 21
512 A kultéri egység Uzembe helyezései kdvetelményei hideg éghajlaton. 24
513 Biztonsagi intézkedések a hiit6kozeg-szivargas megel6zése érdekében 24
A h(itékozegesovek elékészitése 26
521 HUt6kozegesovekre vonatkozo elirdsok 26
522 H{tékozegesovek anyaga 27
523 A cs6méretek kivalasztasa ... 27
5.2.4 A hiit6kozeg-ledagazokészletek kivédlasztasa 29
5.2.5 HUt8kozegesé hossza és szintkilonbsége 30
Az elektromos huzalozés el6készitése 33
53.1 Informaciok az elektromos megfelelésrdl .. 33
53.2 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozo €lBirdSOK ........coviiiiiiiiicce e 33

5.1 A berendezés helyének el6készitése

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példdul munkakornyezetben
elhelyezni. Olyan GUzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

5.1.1 AKkdltéri egység Uzembe helyezései kbvetelményei

INFORMACIO

°
l A kovetkezé el6irdsokat is olvassa el:

= Berendezés helyének altalanos kovetelményei. Lasd az "Altaldnos biztonsagi
el6irasok" fejezetet.

= Szerelési tér elGirasai. Lasd a "MUszaki adatok" fejezetet.

= H{t6kozegesovek elSirasai (megengedett cséhossz és szintkilonbség). Tovabbi
adatokat lasd az "ElGkészités" fejezetben.

VIGYAZAT

Az alkalmazas NEM dltaldnos célu berendezés. Ezért biztonsagos, behatolastdl védett
helyre kell felszerelni.

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnyUipari hasznalatra is.

MEGJEGYZES

A kézikbnyvben leirt berendezés radidfrekvencias eredetl elektromos zajt kelthet. A
berendezés megfelel azoknak az el6irasoknak, amelyek jelentés védelmet
biztositanak az ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az
interferenciajelenség nem fog fellépni.

Emiatt ajanlott, hogy a berendezést és az elektromos vezetékeket megfeleld
tavolsagra  szereljék a  szorakoztatodelektronikai  készulékektél,  személyi
szamitégépektdl stb.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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Okészuletek

Személyi szamitégép vagy radio

Biztositék

Foldzarlat-megszakitd

Kezel6felllet

Beltéri egység (ez az dbra csak szemléltetési célokra szolgal)
Kultéri egység

-0 Q. n T QO

Gyenge vétell helyeken akar 3 m-t, vagy nagyobb tdvolsdgot is kell tartani, és a
tap- és jelatviteli vezetékeket véd6csébe kell helyezni a mas készilékek miatti
elektromagneses interferencia elkerilése érdekében.

Lehetéleg es6tél mentes helyet valasszon.

Gondoskodjon arrdél, hogy szivargas esetén a viz ne tehessen kart az lUzembe
helyezés helyén és annak kornyezetében.

Olyan helyet valasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg levegd vagy a m(ikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozo el8irdsoknak.

A hdcseréld bordai élesek és sérilést okozhatnak. Olyan helyet valasszon, ahol
nem all fenn a sérilés kockdzata (kilonosen olyan helyeken, ahol gyermekek
jatszanak).

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

Zavaré lehet a m(ikodés hangja (példaul haldszoba kozelében).

Megjegyzés: Ha tényleges Uzembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kérnyezeti hang- és zajvisszaverddés miatt a mért érték magasabb lehet a
mdszaki  adatok  kézikonyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomadsszintnél.

Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy géz lehet a leveg6ben. A mianyag
alkatrészek kdrosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
GépjarmUvekre vagy hajokra
Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen rd, hogy a kiltéri egységet NE érje
kozvetlenil sos levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegé okozta korroziot,
ami az egység élettartamdanak csokkenéséhez vezethet.

A klltéri egységet a tengeri széltdl védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HHBHHA

o | []

a Tengeriszél
b Epllet

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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¢ Kiltéri egység
Ha a klltéri egységet kozvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogdt.
= Szélfogd magassaga=1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogd felszerelésekor Ggyeljen a szerelési tér elGiradsaira.
d

C
™ b

T
T
a (mm|
# d m
c M

M [ [ [0

Tengeri szél
Epilet

Kiltéri egység
Szélfogd

a
b
c
d

A kultéri egység levegSkimenetét éré erls szél (=18 km/h) rovidzarlatot okoz (az
elvezetett leveg® beszivasa miatt). Ez az aldbbi kévetkezményekkel jarhat:

= a mUkodési teherbirds csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulas a f(itési Gzemmaodban,
= a mikodés megszakadasa a nyomas tulzott csokkenése vagy novekedése miatt,

= a ventilator karosodasa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a levegGkimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

Az egység levegbkivezetési oldalat forditsa az épllet fala, keritése vagy egy védélap
felé.

a Ugyeljen ra, hogy legyen elegendd szerelési tér

A levegbkivezetési oldalt a szél iranyara merélegesen dllitsa be.

4 [

a Uralkodo szélirany
b LevegSkimenet

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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5.1.2 Akultéri egység Gzembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastél, és lgyeljen ra, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol véds fedél vagy fllke

Allvany (minimalis magassag = 150 mm)
Uralkodé szélirany

Leveg&kimenet

Q. n T O

MEGJEGYZES
Ha az egység alacsony kornyezeti hémérsékletli és magas paratartalmu helyen, fiités

modban Gzemel, a megfelel6 berendezések hasznalataval gondoskodjon réla, hogy az
egység kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon maradjanak.

20
15.155”” / ‘ -

10 1A

5 ||

T,, (°C WB)
Q
T

—20 ‘ ‘

10 15 20 251 30
T, (°C DB)

a: Felf(ités mikodési tartomanya; b: Fltés Gzemi tartomanya; T,: Beltéri kornyezeti
hémérséklet; T,o: Kiltéri kornyezeti h6mérséklet

Ha a kivélasztott egység 5 napnal hosszabb ideig —5°C alatti kornyezeti
hémérsékleten Uzemel, 95%-ot meghaladd relativ paratartalom mellett, akkor
ajanlott a Daikin termékcsaladbdl kifejezetten erre a célra tervezett egységet
valasztani, és/vagy kérjen tanacsot a helyi markakereskedéstél.

5.1.3 Biztonsagi intézkedések a hlit6kozeg-szivargas megel§zése érdekében

A hiit6kodzeg-szivargas megel6zésérol

A rendszer Gzembe helyez6jének kell arrdl gondoskodnia, hogy a szivargas ellen a
rendszer a helyi el6irdsoknak és a vonatkozo szabvanyoknak megfeleléen biztositva
legyen. A helyi el6irdsok hidnyaban az aldbbi szabvanyok lehetnek irdnyadok.

A rendszer R410A hit6kozeggel Gzemel. Az R410A 6nmagaban egy teljesen
biztonsagos, nem mérgez6, nem gyulékony hlit6kozeg. Figyelni kell azonban arra,
hogy a rendszert csak olyan helyiségbe szabad beszerelni, amelynek elég nagy a

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
2 VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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légtere. Ezzel biztosithatd, hogy a h(tdkozeggadz koncentracidja egy nem vart
esemény véletlen bekdvetkezésekor ne haladja meg a vonatkozdé helyi el6irdsokban
és szabvanyokban megszabott hatdrértéket.

A maximalis koncentracidszintrdl

“ s

kiszamitasa egyenesen ardnyos azzal az emberek lakta térrel, amelybe szivaroghat.
A koncentracio mértékegysége kg/m?® (a h(it6kdzeggaz tomege kg-ban mérve, 1 m?
zart térben).

A megengedett legnagyobb koncentracionak meg kell felelnie a vonatkozd helyi
elGirasoknak és az érvényes szabvanyoknak.

A vonatkozd Eurdpai Szabvény értelmében az R410A megengedett legnagyobb
koncentracidja emberi kérnyezetben 0,44 kg/m?.

a
] i
'
a A hUit6kozeg-dramlas iranya

b Aszoba, ahol a h(it6kozeg-szivargas tortént (a hlit6kozeg teljes mennyiségének a
tadvozasa)

=
=

=
—

=
—

Kulonos figyelmet kell forditani az alagsori vagy hasonld helyiségekre, ahol a
hitékozeg felgyllhet, mivel a hiit6kdzegnek a levegénél nagyobb a fajsulya.

A maximalis koncentracidszint ellenérzése

Ellendrizze az alabbi, 1 - 4 |épés alapjan a maximalis koncentracid szintjét, és
intézkedjen annak megfeleléen.

1 Az egyes rendszerekbe toltott hUtékozeg mennyiségét (kg) kalon kel

kiszamitani.
Képlet A+B=C
A A hit6kozeg mennyisége egy egységes rendszerben
(az a hiit6kozeg-mennyiség, amivel a rendszert a
gyarban feltoltotték)
B H{t6kozeg-utantoltés mennyisége (a helyszinen
hozzaadott hiit6kozeg mennyisége)
C A hiit6kozeg teljes mennyisége (kg) a rendszerben
MEGJEGYZES
Ha egy hlit6kozeg toltetli berendezés 2 teljesen flggetlen hitékozegrendszerrel all
kapcsolatban, akkor hasznalja azt a hit6kozeg-mennyiséget, amellyel a rendszerek
egyenként fel vannak toltve.

2 Szamitsa ki a helyiség térfogatat (m?), amelyben beltéri egység taldlhatd. Olyan
esetekben, mint az aldbbi, a legkisebb helyiség térfogatat szamolja ki ugy,
mintha az (D) és a (E) egyetlen szoba lenne.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés 25
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D Ha a légtér nincsen kisebb helyiségekre osztva:

E Ha a légtér meg van osztva, de a helyiségek kozotti nyilds elég nagy
a szabad leveg6aramlashoz.

o R
a
b

a Helyiségek kozotti nyilds. Ott, ahol ajtod taldlhatd, az ajto alatti és
folotti nyilasok mérete legaldbb az alaptertlet 0,15%-anak feleljen
meg.

b Megosztott légtér

3 Szdmitsa ki a h(t6kozeg-térfogatsulyt a fenti, 1-es és 2-es szamitasi |épés
eredményének felhaszndldsaval. Ha a fenti szdmitds eredménye meghaladja a
maximalis koncentrdacié szintjét, a szomszédos helyiség felé szell6z6nyilast kell

biztositani.

Képlet F/G<H

F A h(tékozeg teljes mennyisége a
hltékozegrendszerben

G A legkisebb helyiség mérete (m?®), amelyben beltéri
egység talalhato

H Maximdlis koncentracié szintje (kg/m?)

4 Szamitsa ki a hit6kozeg slrliségét, a beltéri egységet tartalmazd és a
szomszédos helyiség térfogatat figyelembe véve. Készitsen a szomszédos
helyiségek ajtajara szell6zényildsokat, amig a h(tékozeg slrlsége nem
csokken a maximalis koncentracid szintje ala.

5.2 Ah(tékozegcsovek elGkeszitese

5.2.1 HU(t6kozegesovekre vonatkozoé elbirasok

MEGJEGYZES
Az R410A hiit6kozeg szigoru kovetelményeket tamaszt a rendszer tisztasagaval,

szarazsagaval és tomitettségével szemben.

= Tisztasdg és szdrazsag: meg kell el6zni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj,
nedvesség) keriiljenek a rendszerbe.

= Tomitettség: Az R410A h(t6kozeg nem tartalmaz klort, nem karositja az
ozonréteget, és nem csokkenti a Fold karos ultraviola sugdrzas elleni védelmét. Az
R410A h(it6kozeg is hozzajarulhat az Gveghazhatdshoz, ha a szabadba jut. Emiatt
kalonosen figyeljen az izembe helyezésnél a tomitettség ellenGrzésére.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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®

MEGJEGYZES

A hit6kozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomdstarto alkatrészeket kell
hasznalni. A h(it6kozegesdvek eldirt anyaga a h(t6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

i @

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "1 Altalanos biztonsagi
elSirasok" [» 6] fejezetben.

= A csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyez6dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

5.2.2 HU(t6kozegesovek anyaga

CsGszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

Hollandianyas kétések

Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré (@) Keménységi fok Falvastagsag (t)*®
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,80 mm \@t
9,5 mm (3/8") .

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Lagy (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Félkemény (1/2H) >0,80 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl fliggden (1asd: "PS
High" az egység adattdblajan) nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet szlikség.

5.2.3 A cs6méretek kivalasztasa

Hatarozza meg a megfelel6 méretet a DX beltéri egységek és AHU egységek
csatlakoztatdsat ismertet§ alabbi tablazatok alapjan (a referencia dbra csak
szemléltési célra szolgal).

i

INFORMACIO
= VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem megengedett.
= RA DX és AHU beltéri egységek kombinacidja nem megengedett.

= RA DX és beltéri légfliggony egységek kombinacidja nem megengedett.

i @

INFORMACIO

RA DX beltéri egységek Uzembe helyezésekor végezze el a helyszini beallitasokat
[2-38] (= a beszerelt beltéri egységek tipusa). Lasd "7.1.8 2. tzemmdd: helyszini
bedllitasok" [» 69].

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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VRV DX RA DX

C-2 C-3 |C4

[3-1][32] [3-3][34] |5 [[5] [5]]5]

1 Kultéri egység
2 HUt6kozeg-leagazokészletek

3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek

4 BP egységek
5 RA DX beltéri egységek
A Akultéri egység és az (els6) hiit6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek

B-1B-2 A h(it6kozeg-ledgazdkészletek kozotti csovek
C-1~C-4 A hlit6kozeg-ledgazdkészlet és beltéri egység kozotti csovek

D Ah(t6kozeg-ledgazokészlet és BP egység kozotti csovek
E A BP egységet és az RA DX beltéri egységet 0sszekots csovek

Ha a megadott méretld csovek (hivelykben megadva) nem allnak rendelkezésre,
akkor mdas méretleket is lehet hasznalni (mm méretezéssel), figyelembe véve az
aldbbiakat:

= A szikséges mérethez legkdzelebb esé cséméretet kell valasztani.

= A hivelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfelel6 szlkit6ket kell
hasznalni (nem tartozék).

= Az utantoltott hiit6kozeg mennyiségét a "6.6.3 Az utantoltott hitdkozeg-
mennyiség meghatarozdsa" [» 51] részben ismertetett mdédon kell Ujraszamolni.

A: A kiiltéri egység és az (elsé) hiit6kozeg-leagazokészlet kozotti csovek

Ha a kiltéri egység és legtavolabbi beltéri egység kozotti egyenértékl cséhossz
90 m vagy tobb (b+d), a f6 gazcsé méretét (b) nodvelni kell (felilméretezés). Ha a
javasolt méret(i (feltilméretezett) gdzcsé nem 4all rendelkezésre, akkor standard
méretet hasznaljon (ekkor kis mértékben csokkenhet a teljesitmény).

L _a e

b c
L]

a Kultériegység
b F& gazcsé (novelje a cséméretet, ha a b+d hossz > 90 m)
¢ Els6 hiit6kozeg-ledgazokészlet
d A beltériegység és az els@ hit6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek
e Legtavolabbi beltéri egység
Kiiltéri egység A csé kiils6é atmérdje (mm)
teljesitményosztalya (HP) Gazcsé Folyadékesé
Egyszerl |Feliilmérete
zett
4+5 15,9 19,1 9,5
6 19,1 22,2 9,5
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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B: A hiit6kozeg-leagazokészletek kozotti csovek

Keresse ki az aldbbi tdblazatbdl a folyasirdnyba esé beltéri egységek
dsszteljesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a bekdtécsdvek hossza nem
haladhatja meg az adott rendszertipus alapjan kiszamitott hit6kdzegcsé hosszt.

Beltéri egység A cs6 kiils6 atméréje (mm)
Gsszteljesitmeny Gazcs6 Folyadékcs6
<150 15,9 9,5
150<x<182 19,1

Példa: Folyasirdnyl teljesitmény B-1-hez= a 3-1 egység teljesitménye + a 3-2.
egység teljesitménye
C: A hiit6kozeg-leagazdkészlet és beltéri egység kozotti csévek

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a beltéri egységek csatlakozasaihoz (folyadék,
gaz). A beltéri egységek atmérdi:

Beltéri egység A cs0 kiils6 atmérdje (mm)
Gsszteljesitmény Gézcsé Folyadékcsé
15~50 12,7 6,4
637140 15,9 9,5

D: A hiit6kozeg-ledgazokészlet és BP egység kozotti csovek

A csatlakoztatott beltéri A cs0 kiils6 atmérdje (mm)
egységek Gézcsé Folyadékesé
Osszteljesitménye
15762 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~182 19,1 9,5

E: A BP egységet és az RA DX beltéri egységet 6sszek6to csovek

Beltéri egység A cs6 kiilsé atmérdje (mm)
osszteljesitmény Géazcsé Folyadékcsé
15~42 9,5 6,4

50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 A h(t6kozeg-ledgazokészletek kivalasztasa
A csGvezetékek esetében lasd: "5.2.3 A cséméretek kivalasztasa" [» 27].
Refnet idom az elsé ledgazasnal (a kiiltéri egységt6l szamitva)

Ha a kiltéri egységt8l szamitott elsé ledgazasnal hasznal REFNET idomokat, keresse
ki az aldbbi tabldzatbdl a kiltéri egység teljesitménye alapjan. Példa: Refnet

idomok A—>B-1.
Kiiltéri egység teljesitményosztalya Hiit6kozeg-leagazdkészlet
(HP)
4~6 KHRQ22M20TA
RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Refnet idomok egyéb leagazasoknal

Az els6 ledgazds utani Refnet idomok esetében a megfeleld ledgazdkészletet a
h(tékozeg-ag utan csatlakoztatott beltéri egységek dsszteljesitménye alapjan kell

kivalasztani. Példa: Refnet idomok B-1->C-1.

Beltéri egység osszteljesitmény

Hiit6kozeg-leagazdkészlet

<182

KHRQ22M20TA

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbdl a REFNET fej alatt bekotott

beltéri egységek dsszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység osszteljesitmény

Hiit6kozeg-leagazokészlet

<182

KHRQ22M29H

INFORMACIO

i @

Legfeljebb 8 ledgazds csatlakoztathaté egy fejhez.

5.2.5 H(it6kozeges6 hossza és szintkilonbsége

Csak VRV DX és RA DX beltéri egységekhez csatlakozik

A cs6hossznak és a szintkllonbségnek meg kell felelni az aldbbi elGirdsoknak. Két mintat ismertetiink:

e Kiltéri 100% VRV DX beltéri egységek
o Kiltéri 100% RA DX beltéri egységek

ElGiras

Korlatozas

VRV DX RA DX

Maximalis tényleges cs6hossz

= 1.1. példa, 8 egység: a+b+c+d+e+f+g+p<Korladtozas
= 1.2. példa, 6 egység: a+b+h<Korlatozds

= 1,2. példa, 8 egység: a+i+k<Korlatozds

= 1.3. példa, 8 egység: a+i<Korldtozds

= 2. példa, 18 egység: a+b+m<Korlatozas

70 m 35m

Maximalis egyenértékii cs6hossz"’

90 m 45 m

Maximalis teljes cs6hossz
= 1,1. példa: a+tb+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Korlatozas
= 2. példa: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Korlatozas

300 m 140 m

Kiiltéri-els6 leagazékészlet minimalis hossza
= 2. példa: Korlatozas<a

Nem 5m
alkalmazhaté

Elsé ledgazokészlet-beltéri egység maximalis hossza
= 1.1. példa, 8 egység: b+c+d+e+f+g+p<Korlatozas

= 1.2. példa, 6 egység: b+h<Korldtozas

= 1,2. példa, 8 egység: i+k<Korldtozds

= 1.3. példa, 8 egység: i<Korlatozas

= 2. példa, 18 egység: b+m<Korlatozas

40 m 40m

Kiltéri-BP maximalis hossz
= 2. Példa, BP3: a+b<Korlatozas

Nem 30m
alkalmazhatdé

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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ElGiras Korlatozas
VRV DX RA DX

Minimalis és maximalis BP-beltéri | Beltéri egység Nem 2715 m
cs6hossz teljesitménymutatdja<60 alkalmazhaté
* 2. példa: 18 egység: Min.sm<Max. | Be|téri egység Nem 2712 m

teljesitménymutatéja=60 alkalmazhato

Beltéri egység Nem 278 m

teljesitménymutatéja=71 alkalmazhato
Maximalis magassagkiilonbség KUltéri magasabb, mint a beltéri 30m 30m
kiiltéri és beltéri kozott = Példak: H1<Korlatozas

Kultéri alacsonyabb, mint a beltéri

Maximalis magassagkiilonbség beltéri és beltéri kozott 15m 15m
= Példak: H2<Korlatozds

Maximalis magassagkiilonbség beltéri és BP k6zott Nem 30m
= 2. példa: H3<Korlatozas alkalmazhaté
Maximalis magassagkiilonbség BP és BP kozott Nem 15m
= 2. példa: H4<Korlatozas alkalmazhaté
Maximalis magassdagkiilonbség BP és beltéri k6zott Nem 5m
= 2. példa: H5<Korlatozas alkalmazhato

@) Feltételezve, hogy a REFNET idom egyenérték(i cs6hossza=0,5 m, és a REFNET fejé=1 m (csak az egyenérték( cs6hossz
szamitasahoz, nem pedig a hlit6kozeg feltoltésének szamitdsahoz).

1. példa (VRV DX beltéri egységek) 2. példa (RA DX beltéri egységek)
1.1. példa

=5l NS

<d REFNET idom
C—D> REFNET fej
(I ) BPbox
1~8 VRV DX beltéri egységek
11~18 RA DX beltéri egységek

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Okészuletek

Csatlakozas csak egy légkezelG egységehez (paros elrendezés)

Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
A kiiltéri egységtél a leghosszabb csé 50 m/55 m®@
Teljes cs6hossz 150 m/—"®

@ A megengedett legkisebb cséhossz 5 m.

©) Legfeljebb harom cséledgazas lehetséges 6sszekapcsolt hécserélével ellatott AHU
esetében.

A VRV DX beltéri egységek és a légkezel6 egységek (vegyes alkalmazas)
csatlakoztatasa és csak tobb légkezel6 egység csatlakoztatasa (multi alkalmazas)

INFORMACIO

°
l A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

a Kultéri egység
b VRV DX beltéri egység
¢ EKEXV(A)-készlet
d Légkezeld egység (AHU)
e VRV DX ibeltéri egység (légycsatorna)
Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
A leghosszabb csé a killtéri egységtdl 50 m/55 m®@
vagy az utolsé multi-kultéri
cs6ledgazotol (A + [B, DI)
Leghosszabb csé az elsé cs6ledgazd 40 m/—
utan (B, D)
Teljes cs6hossz 300 m/—
@ A megengedett legkisebb cs6hossz 5 m.
Megengedett legnagyobb szintkiilonbség
Fogalom Meghatarozas Szintkiilonbség [m]
H1 Kultéri és beltéri egységek 50/55
szintkUlonbsége
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Fogalom Meghatarozas Szintkiilonbség [m]
H2 Beltéri egységek 15
szintkllonbsége
H3 EKEXV(A)-készletek és 5
AHU egységek
szintktlonbsége

5.3 Az elektromos huzalozas el6készitése

5.3.1 Informaciok az elektromos megfelelésrdl

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 elGirdsainak (eurdépai/nemzetkozi
mUszaki szabvany, amely meghatdrozza a haztartasi kisfesziltségl rendszerekre
kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatasanak hatarértékeit).

5.3.2 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozo el8irasok

Tapellatas vezetéke

Az dramkort a szikséges biztonsagi eszkdzokkel kell elldtni, vagyis egy
fékapcsoloval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy foldzarlat-
megszakitdval, a vonatkozé el6irdsoknak megfelelGen.

A tapvezetékbe MINDIG szereljen be egy azonnali mikddésd maradékarammal
mikodd megszakitot (RCD). A beszerelt RCD megszakiténak meg KELL felelni a helyi
el6irdsoknak.

A huzalozds kivalasztasat és méretezését a vonatkozod elirdsoknak megfeleléen, az
aldbbi tablazatban szerepl6 adatok szerint kell elvégezni.

Modell Minimalis aramkori Ajanlott biztositék
dramerGsség
RXYSCQ4~6 29,1A 32A

Minden modell esetében:

= Fazis és frekvencia: 1~ 50 Hz

= Feszlltség: 220-240V

= Jeldtviteli vezeték keresztmetszete:

Jelatviteli vezetékek PVC szigetelés(i 0,75 és 1,25 mm?
kozotti szigetelt vezetéket (2 eres

kabelt)

Kabelek maximalis hossza 300 m

(= a klltéri és a legtavolabbi beltéri
egység kozotti tavolsag)

Teljes kabelhossz 600 m

(= a kiiltéri és az 6sszes beltéri egység
kozotti tavolsag)

Ha a jelatviteli huzalok teljes hossza meghaladja ezt a hatdrértéket, az jelatviteli
hibat eredményezhet.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6 Felszerelés

Ebben a fejezetben

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Attekintés: Felszerelés

Az egységek felnyitdsa

6.2.1 Az egységek Kinyitasanak DEMUTATASA ....ovoiiiiiee it
6.2.2 A KUIEETT EEYSEE TRINYITASA ...oveeiiieie ettt ettt
A kultéri egység felszerelése

6.3.1 A kultéri egység felszerelésének részletei

6.3.2 Ovintézkedések a KUltEri @gység fRlSZEreléSEKOT ...
6.3.3 A felszereléshez haszndlt struktura biztositasa

6.3.4 A kultéri egység felszerelése

6.3.5 A vizelvezetés biztositasa

6.3.6 AkUltéri egység ledlésének MegakadalyOzasa . .......c.oiiiiiiiiiiieiiieice e
A hit6kézegesovek csatlakoztatasa

6.4.1 A hit6kozegesovek csatlakoztatdsa

6.4.2 A hiitékozegesovek dsszekatésével kapesolatos biztonsagi elGirasok..

6.4.3 Utmutatd a hiitGkozegesovek GSSZEKOtESENEZ .............ov.iveeve oo
6.4.4 Irdnyelvek a csovek hajlitasaval kapcsolatban....

6.4.5 A csGvég peremezése

6.4.6 A CSOVEE fOITASZEASA v tvtteeetee ettt ettt s kst s ettt s e s e s ettt h et e st et e st s e s e et een et ettt nene e
6.4.7 Elzardszelep és szervizesatlakozo Nasznalata........cocoveiioiiiiiiicieeee e
6.4.8 HUtékozegesovek csatlakoztatasa a kiltéri egységhez ...

6.4.9 A h(it6kozeg-leagazokészlet bekotése

A NUEOKOZEGCSOVEK IIENGIZESE ...vvivieiieeieieee ettt
6.5.1 A NUTEKOZEGCSOVEK EIIENGIZESE ...ttt ettt
6.5.2 Hiitékozegesovek ellendrzése: Altalanos iranyelvek

6.5.3 HUt8kozegesovek ellendrzése: Beallitas

6.5.4 A tOMITETtSEGVIZSGAIAT BIVEGZESE ...ttt
6.5.5 Véakuumszaritas elvégzése

6.5.6 A hit6kozegesovek szigetelése

HUit6kozeg feltoltése

6.6.1 HULEKOZEG FRITOIESEIGI ...ttt ettt
6.6.2 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elGirasok ...

6.6.3 Az utantoltott hitékozeg-mennyiség meghatérozasa

6.6.4 A h(it6kozeg feltoltése

6.6.5 A hitékozeg feltoltésével kapcsolatos hiDaKOAOK ........cciiiiiiiiiiiicc
6.6.6 A fluortartalmu, Uveghazhatast okozo gazokra vontakozd cimke felragasztésa....

A vezetékek csatlakoztatasa

6.7.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsdnak bemMULAtAsa .......ccocvieiiiiiiiiiic s
6.7.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kiltéri egyseghez........coooiieiiiiiiiiiicec e
A kultéri egység felszerelésének befejezése

6.8.1 Osszekots vezetékek bekdtésének befejezése

6.8.2 A KUIETT @EYSEE IZATASA ...ttt ettt ettt ettt

6.1 Attekintés: Felszerelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység helyszini betizemelésekor.

Jellemz6 munkafolyamat

A beszerelés jellemz&en a kovetkezd lépésekbdl all:

= A klltéri egység felszerelése.

= A beltéri egységek felszerelése.

= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa.

= A h(t6kozegesovek ellenérzése.

Hlt6kozeg feltoltése.

= Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa.

= A klltéri egység felszerelésének befejezése.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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= A beltéri egység felszerelésének befejezése.

INFORMACIO

°
l A beltéri egység beszereléséhez (a beltéri egység felszerelése, hiit6kozegesé
csatlakoztatdsa a beltéri egységhez, elektromos hozalozds bekotése a beltéri
egységre...) lasd a beltéri egység szerelési Gtutatojat.

6.2 Az egységek felnyitasa

6.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsakor

= Az elektromos huzalozds csatlakoztatdsakor

= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitdsa utdn NE hagyja fellgyelet nélkil az egységet.

6.2.2 AKkultéri egység felnyitasa

/N
I\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

6.3 AkUltéri egység felszerelése

6.3.1 AKkultéri egység felszerelésének részletei

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemz8en a kovetkezd [épésekbdl all:
1 Afelszereléshez haszndlt struktura biztositdsa.

2 Akultéri egység felszerelése.

3 Avizelvezetés biztositasa.
4

Az egység ho és szél elleni védelme hdéfedél és terel6lemez felszerelésével.
Lasd: "5.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 21].

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

o
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirasokat és kovetelményeket
is:

= Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

= El6késziletek

6.3.3 Afelszereléshez hasznalt struktira biztositasa
Ellendrizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az egység ne vibraljon,
és ne okozzon zajt.
Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.

Készitsen el6 négy alapzatcsavart, anydk és csavaralatétet (amelyek egyike sem
tartozék) az aldbbiak szerint:

@

¢ @® -
B
H

[mm]

a Vigydzzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a kondenzviz-kivezetd lyukakat.

6.3.4 AKkultéri egység felszerelése

6.3.5 A vizelvezetés biztositasa

= Gy6z6djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfelelGen el lehet vezetni.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet6vé teszi a megfeleld elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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= Alakitson ki vizelvezet§ csatornat az alap korll, amely elvezeti az egységtdl a
vizet.

= Gondoskodjon rdla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszdssa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallo lemezt is az egység aljatdl
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsdt az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezd dbrat).

MEGJEGYZES
Ha a kultéri egység kondenzviz-kivezetd lyukat a tartokarok vagy az aljzat takarja,

akkor emelje meg az egységet, hogy legalabb 150 mm magasan legyenek a kultéri
egység labai.

2150 mm

NI

Kondenzviz-kivezet6 lyukak (méret mm-ben)

a
s |
Cr
N 1 H: —
E ity
: === L
) N I @NENe]
~inds 20 32
216 130 49;‘3»
21 89

a Kondenzviz-kivezet6 lyukak

6.3.6 Akultéri egység ledblésének megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van felallitva, ahol az erds szél megdontheti az
egységet, tegye a kovetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kdbelt a kovetkezd illusztracidn jeldlt médon (nem tartozék).
2 Helyezze a 2 kabelt a kiiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kdbelek és a kiltéri egység kdzé, hogy a kdbelek ne
karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa a kabelek végét.

Hlzza meg a kdbeleket.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6.4 A h(t6kozegesovek csatlakoztatasa

6.4.1 A hUit6kozegcsovek csatlakoztatasa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a kiltéri és a beltéri egységek fel vannak szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A h(t6kozegesovek csatlakoztatasa az alabbiakat tartalmazza:
= A h(it6kozegesovek csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez
= H(it6kozeg-ledgazdkészletek csatlakoztatdsa

= A hiit6kozegesovek és a beltéri egységek csatlakoztatdsa (lasd a beltéri egységek
szerelési Utmutatojat)

= H(it6kozegesdvek szigetelése
= Ne feledje az aldbbiakhot adott Utmutatokat:

- Cs6hajlitas

Cs6végek peremezése

Keményforrasz

Elzardszelepek hasznalata

6.4.2 A h(it6kdzegcsovek Osszekotésével kapcsolatos biztonsagi elSirasok

C VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a h(it6kozegesovekkel kapcsolatos kovetkezé korlatozésokat:

= Kerdlje el a kijelolt hit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegd) keveredését a
hltékozegkorbe.

Csak az R410A anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzdadasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomls),
amelyek kifejezetten az R410A lzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy
kibirjak a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul dsvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

NE hagyja feltgyelet nélkil a csoveket. Ha a beszerelést NEM 1 napon belll végzik
el, a csoveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett mdédon, hogy ne
kertilhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

* Legyen nagyon ovatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon (lasd az aldbbi
abrat).

X v
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Egység

Uzembe helyezés

Védelem maddja

KUltéri egység

>1 honap

Lapitsa el a csovet

<1 hénap

Beltéri egység

Az id6tartamtol figgetlendl

csovet

Lapitsa vagy szalagozza a

®

MEGJEGYZES

NE nyissa ki a hiit6kozeg elzardszelepét a hlit6kozeg csoveinek ellenérzése el6tt. Ha
tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hlt6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

6.4.3 Utmutaté a h(it6kdzegcsovek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket a csovek csatlakoztatdsakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem belsé felliletét éter- vagy
észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt szorosan meghuzna.

4

= A hollandi anydkat MINDIG egyszerre 2 kulccsal kell meglazitani.

= A csovek csatlakoztatdsakor a hollandi anydk meghuzdsahoz MINDIG haszndljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargas
megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs

b Villaskulcs

¢ CsGcsatlakozo

d Hollandi anya

Cséméret (mm) |Meghuzonyomaték| Perematmérdk (A) Perem rajza (mm)
(Nm) (mm)

@6,4 15~17 8,79,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
¢12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7
®19,1 90~110 23,6~24,0

6.4.4 Iranyelvek a csovek hajlitdsaval kapcsolatban

A hajlitast cséhajlitoval kell végezni. A csovekben [év6 hajlitasoknak a lehet§
legfinomabban iveltnek kell lenniik (a hajlitasi sugdrnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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6.4.5 A csévég peremezése

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés hiit6kozeg-szivargast okozhat.

*= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A h(t6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

Vagja le a csGvéget csévagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgdcsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a Figyeljen a helyes szogre a vagdskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

Peremezze meg a csovet. Pontosan a kovetkezd dbran lathatd modon helyezze

el.
YA
|
Tokoz6 eszk6z R410A Hagyomanyos tokozé eszk6z
esetén (lengd tipus) Lengé tipus Szarnyas anyas tipus
(Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm

5 Ellendrizze, hogy a tokozas megfelel§-e.
a = b

a Aperem belsé feltletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasanak egyenletesnek, tokéletesen kor alakinak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

6.4.6 A csévég forrasztasa

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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MEGJEGYZES
A helyszini csészerelésre vonatkozé elSirasok. A forrasztéfémet az aldbbi abra szerint

kell alkalmazni.
<025.4

1

X

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megeldzi, hogy a csovek belsd
felUletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a réteg kdrosan befolydsolja a
szelepek és a kompresszorok mikodését, és zavarokat okozhat a hlit6korben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20 kPa-ra (0,2 bar)
(hogy éppen csak érezni lehessen a béron).

a b c

o f Sl

H{t6kozegesovek
Forrasztando rész
Koraltekercselés

Kézi szelep
Nyomdscsokkentd szelep
Nitrogén

-0 Q. n T QO

= NE haszndljon oxidacido gatld szert a cs6csatlakozdsok forrasztdsdhoz! A
visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a berendezéseket.

= NE haszndljon forrasztoszert a réz h(it6kozegesovek forrasztdsdhoz! A
forrasztashoz hasznéljon foszforréz forrasztootvozetet (BCuP), amihez NEM kell
forrasztdszert hasznalni.

A forrasztészer rendkivil karosan befolydsolja a hiit6kozegesovek allapotat. Ha
példaul kldrtartalmu forrasztdszert hasznalnak, az korrodalja a csdveket, ha pedig
fluortartalmu a forrasztoviz, az a h(it6kdzeget karositja.

= Forrasztas kdzben MINDIG védje a kornyez6 feliileteket (pl. a szigetel6habot) a
hétél.

6.4.7 Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

Az elzaroszelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezé iranyelveket:
= A gdz- és folyadékelzard szelep gyarilag zarva van.
= MUvelet kdzben az dsszes elzdrdszelepet ki kell nyitni.

= Az aldbbi dbrakon az elzardszelep kezeléséhez sziikséges alkatrészek és nevik
lathato.

a Szervizcsatlakozd és szervizesatlakozo-fedél
b Elzardszelep
¢ Kuls6 csécesatlakozas

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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d Elzardszelep kupakja
a b

:

e d c

a Szervizcsatlakozo

b Elzérészelep kupakja
¢ Hatszogletd lyuk

d Tengely

e Szelepilék

= NE alkalmazzon tulzott er6t az elzardszelepen. Ezzel eltorheti a szelep torzsét.

Az elzarészelep nyitasa
1 Vegye le az elzérdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepre, és forditsa az
elzarészelepet az dramutatd jardsaval ellentétes irdnyba.

3 Ha az elzérészelep tovabb nem forgathato, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

Az elzardszelep zarasa
1 Vegye le az elzardszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzérdszelepbe és forgassa el az éramutato
jarasaval egyez§ irdnyba.

3 Haazelzdrdszelep tovabb nem forgathato, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzardszelep-kupak kezelése
= Az elzardszelep kupakja a nyillal jelzett helyen tomitve van. NE rongdlja meg.

= Az elzardszelep kezelése utdn ellendrizze, hogy szorosan visszazarta-e az
elzardszelep kupakjat. A meghuzényomatékokat az aldbbi tablazat mutatja.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Ny

A szervizcsatlakozo kezelése

= A tolt6tomlIb végén legyen nyomobltydk, mert a szervizcsatlakozdnak Schrader
tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakozé kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan visszazarta-e a
szervizcsatlakozo kupakjat. A meghuzényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozd kupakjanak meghtzasa utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e
hitékozeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarészelep Meghuzényomaték Nem (az ramutato jarasaval egyezé
mérete (mm) iranyban elzarni)

Szelepszar

Szelephaz Imbuszkulcs | Szelepkupak |Szervizcsatlako
p o}
?9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5716,5 6 mm 22,5~27,5

6.4.8 HUit6kozegesovek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

MEGJEGYZES
Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csévek nem érnek-e véletlentl masik

cs6hoz, az alsoé vagy az oldalsé panelhez. Kilonosen alsé vagy oldalsé csatlakozasnal
kell figyelni, hogy a csévek megfelel6en legyek szigetelve, és ne érjenek a hazhoz.

1 Tegye a kovetkez6t:

» Vegye le a szervizfedelet. Lasd: "6.2.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 35].
» Tavolitsa el a cs6bevezetd lapot (a) és a csavart (b).

Ny

b > a

2 Valassza ki a cs6kivezetés irdnyat (a, b vagy c).

N>
218

a c

=3
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INFORMACIO

i @

/\

Tl

RS
St
b b b a b

= Usse ki a kilokélapot (a) az alaplemezrél vagy a burkoldlemezrél, ehhez laposfejd
csavarhuzoval és kalapdaccsal Gitogesse meg a rogzitési pontokat.

= Alternativ lehet&ségként kivaghatja az ablakokat (b) fémflirésszel.

MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el8irasok:

= Aberendezés hdza és az alatta futd csévezeték ne sériljon meg.

= A lapok kittése utan a rozsddsodas megel6zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek koruli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megel&zésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

3 Tegye a kovetkez6t:

» Csatlakoztassa a folyadékcsovet (a) a folyadékelzard szelephez.
» Csatlakoztassa a gdzcsovet (b) a gazelzard szelephez.

= RXYSCQ6 esetében: Csatlakoztassa a gazoldali tartozékcsovet (c). Erre azért
van szikség, mert a gazelzarészelep mérete 315,9., mig a kiltéri egység és
az elsd h(it6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek mérete @19,1. A gazoldali
tartozékcsovet a ¥19,1 kilsé cs6vel hollandianyas kotéssel kell 6sszekatni.

e [T -T . 1
i

¢ Gazoldali tartozékess (csak RXYSCQ6 esetében)
4 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezet6 lapot.

5 Tomitsen minden rést (példa: a), hogy a ho és kisebb allatok ne juthassanak a
rendszerbe.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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FIGYELEM
Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

MEGJEGYZES
A csészerelés és a vakuumszaritds elvégzése utdan ne feledje kinyitni az

elzérdszelepeket. Ha a rendszert elzart szelepekkel miikodtetik, akkor meghibdsodhat
a kompresszor.

6.4.9 A h(it6kozeg-leagazdkészlet bekotése
A hit6kozeg-ledgazdkészlet beszerelésével kapcsolatban a készlethez mellékelt
szerelési kézikonyv ad felvildgositast.
= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy fligg6legesen dgazzon el.
= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen dgazzon el.

A <k a
0

B O=t-a
T

Vizszintes felllet

Fuggéblegesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

Q. n TO

6.5 A h{tékozegcsovek ellenérzése

6.5.1 Ah(it6kozegesovek ellenérzése

Befejezte a hiit6kézegcsévek Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek és/vagy a Nem
klltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?

A4

Fejezze be a szerelést

Eljaras:

"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa el6tt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. moédszer: a tapfesziiltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kultéri és beltéri) egységek aram ald helyezése el6tt
hidanytalanul el kell végezni a hltékozegesovek szerelését. Az egységek aram ald

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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helyezése inicializalja a szabalyozdszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni
fognak.

MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kils6 csovek és a beltéri egységek tomitettségvizsgalatat és

vakuumszaritasat nem lehetséges elvégezni.

1. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ald helyezve, a tomitettségvizsgdlat és a
vakuumszaritas elvégzése nem igényel kilon Iépéseket.

2. modszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar dram ald van helyezve, aktivdlja a [2-21] beallitasokat (lasd
"7.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. Gzemmoddhoz" [» 65]). Ez a bedllitds megnyitja a
kilsé szabalyozdszelepeket, biztositva a hlt6kozeg-csévezeték atjarhatdsagat, igy
elvégezhetd a tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas.

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES
Ellendrizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozo beltéri egység aramellatasa be

legyen kapcsolva.

MEGJEGYZES
A [2-21] bedllitdas alkalmazasahoz vérja meg, amig a kultéri egység befejezi az

inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas

A h(tékozegesovek ellenérzése az aldbbiakat tartalmazza:

= Tomitettségvizsgalat a hlit6kdzegesodvekben.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén eltavolitdsahoz a
hit6kozegesovekbdl.

Ha a hit6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példaul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljarassal el kell tavolitani minden nedvességet.

A berendezésben |év§ csovek tomitettségvizsgalatat a gydrban elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiit6kozegcsoveket kell ellendrizni. Ezért Ugyeljen arra,
hogy az 0sszes kultéri egység elzdrdszelepe szorosan el legyen zdrva a
tomitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritds megkezdése elbtt.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy az &sszes kiilsé csévén taldlhatd (nem tartozék) szelep NYITVA

van (nem a kiltéri egység elzdrdszelepeil), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos  tovabbi informacidkat [asd:
"6.5.3 Hlt6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 47].
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6.5.2 H(tSkozegesovek ellendrzése: Altalanos irdnyelvek

A hatékonysdg novelése érdekében csatlakoztasson vakuumszivattyut a
csGledgazén 4t az  Osszes  elzardszelep  szervizcsatlakozéjara  (lasd:
"6.5.3 H{t6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 47]).

MEGJEGYZES
Ellendrizze, hogy a szivattylbdl az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu

leallasa alatt.

MEGJEGYZES
A légtelenitést NE a hiit6kozeggel végezze. Vakuumszivattyldval szivattylzza ki a

felszerelést.

6.5.3 H(it6kozegesovek ellenérzése: Beallitas

/-)@

a Nyomdscsokkentd szelep

b Nitrogén

¢ Mérlegbeosztas

d R410A hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)

e Vdkuumszivattyd

f Folyadékesé elzard szelepe

g Gazcsé elzard szelepe

A "A"szelep

B "B"szelep

C "C"szelep

Szelep Allapot

"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
Folyadékcsd elzard szelepe Bezaras
Gazcs6 elzaro szelepe Bezaras

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az Osszes beltéri egység csatlakozdsain is el kell végezni a

tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kilsé csovon taldlhato
szelepeket lehet8ség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési kézikonyvében. A
tomitettségvizsgalatot és a vakuumszaritast el kell végezni az egység aramellatasanak
bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben lasd a fejezetben fentebb ismertetett
folyamatabrat (Lasd "6.5.1 A hiit6kozegesovek ellendrzése" [» 45]).

6.5.4 A tomitettségvizsgdlat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany elbirdsai szerint kell végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gézvezetékekbdl, -100,7 kPa (-1,007 bar)
mérényomasig, 2 6ranal hosszabb ideig.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és ellenérizze, hogy a
nyomas legaldbb 1 percig nem emelkedik-e.

Amennyiben a nyomds emelkedik, a rendszer vagy nedvességet tartalmaz
(lasd aldbb a vakuumszaritasrol szo6l6 részt), vagy valahol szivarog.

Nyomadsos tomitettségvizsgalat

1

Toltse fel a légtelenitett rendszert legaldbb 0,2 MPa (2 bar) bar nyomdsra
nitrogénnel. A nyomasmérén kijelzett érték soha ne legyen magasabb, mint a
berendezés maximalis Gzemi nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

Ellendérizze a szivargast minden cs6csatlakozasnal buborékos tesztoldat
alkalmazasaval.

Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréoba-oldatot.
SOHA ne haszndljon szappanos vizet:

® A szappanos viz hatdsdra megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
csGvezeték leh(ilésekor megfagy.

= A szappanos vizammaoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a csécsatlakozdsokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).

6.5.5 Vakuumszaritas elvégzése

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az 0Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. Tartsa nyitva (ha vannak) a beltéri
egységre kotott 6sszes (nem tartozék) kilsé szelepet is.

A tOmitettségvizsgalatot és a vdkuumszaritast el kell végezni az egység
aramellatasanak bekapcsoldsa el6tt. Ellenkezd esetben tovabbi informaciokért lasd:
"6.5.1 A hit6kozegesovek ellendrzése" [» 45].

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a rendszerbdl:

1

Uritse ki a rendszert legaldbb két 6rdra —100,7 kPa (=1,007 bar) (5 Torr
abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legaldabb egy o&ranyi megfigyeléssel
ellendrizze, hogy megmarad-e a vakuumnyomas.

Ha 2 oran belll nem sikerll elérni a vakuumnyomadst, vagy a vakuum nem
marad meg egy oraig, akkor a rendszerben feltehetéen tul sok a nedvesség.
Ebben az esetben toltse fel a légtelenitett rendszert legaldbb 0,05 MPa
(0,5 bar) nyomadsra nitrogénnel, és az 1-3. lépés ismétlésével tavolitson el
minden nedvességet.

Attél figgben, hogy azonnal szeretné-e betolteni a hlitékozeget a hlit6kozeg-
betolté porton keresztll, vagy el@szor inkdbb elétoltené a hitékozeg egy
részét a folyadékvezetéken keresztil, nyissa meg a kiltéri egység
elzardszelepeit vagy hagyja 6ket zarva. Tovabbi informacidkat lasd: "6.6.4 A
hltékozeg feltoltése" [» 51].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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INFORMACIO

Az elzardszelep megnyitasa utan el6fordulhat, hogy a h(it6kozegesdvekben NEM
emelkedik a nyomds. Ezt okozhatja példdul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart allapota, de ez NEM gatolja az egység megfelelé miikodését.

i @

6.5.6 A h(it6kdzegcsovek szigetelése

A tomitettségvizsgdlat és a vakuumszaritas végeztével a csoveket szigetelni kell. Az
aldbbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotdcsoveket és a hiit6kozeg-ledgazdkészletet is teljes
egészében szigetelni kell.

= Afolyadék- és a gdzcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsovekhez hasznaljon 70°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en szikség lehet a h(it6kozegesovek
szigetelésének megerd@sitésére.

Kérnyezeti h6mérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

= Ha olyanok a feltételek, hogy az elzardszeleprél a lecsapddott para a szigetelés és
a cs6 kozotti résen keresztll bejuthat a beltéri egységbe, mert a kiltéri egység
magasabban van a beltéri egységnél, akkor ezt meg kell elézni a csatlakozdsok
szigetelésével. Lasd az alabbi dbrat.

a

a Szigetel6anyag
b Tomitéanyag stb.

6.6 HU(t6kdzeg feltoltése

6.6.1 HUt6kozeg feltdltésérdl

Ez a kiltéri egység gydrilag fel van toltve h(tékozeggel, de a kilsé csovekto!
fliggben hlt6kozeg-utantoltésre lehet szlikség.

74 1

H(itokozeg feltoltés elott

Ellenérizze a kiltéri egység kiils6 hit6kozegesovét (tomitettségvizsgalat,
vakuumszaritas).

Jellemz6 munkafolyamat

A h(it6kozeg-utantoltés jellemzben a kdvetkezd szakaszokbol all:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi utantoltés szlkséges.

2 HUtbkozeg utantoltése (eldtoltés és/vagy feltoltés).

3 Az lGveghazhatast okozé gazokra vonatkozd cimke kitoltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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6.6.2 A hUit6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elGirasok

INFORMACIO

is:
= Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

= El6késziletek

[ ]
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi elGirasokat és kovetelményeket

FIGYELEM

balesetet okozhatnak.

= KIZAROLAG R410A hiitSkozeget hasznaljon. Egyéb anyagok robbanast és

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Esetében a globalis
felmelegedési potencial (GWP) értéke 2087,5. A gdzokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és védEszemiiveget.

MEGJEGYZES

eljarast nem lehet megfeleléen befejezni.

Ha vannak tapfesziltségrdl levalasztott egységek is a rendszerben, akkor a feltoltési

MEGJEGYZES

Ugyeljen ré, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés
el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek) bekapcsoldsat kovetd kordlbeltl 12
percen belil helyezik aram ald, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a kultéri
egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon létre a megfeleld jelatvitel.

MEGJEGYZES

A feltoltési eljdrds inditdsa elétt ellendrizze, hogy azA1P PCB kiltéri egység 7-
szegmenses kijelz6je nem mutat rendellenességet (lasd "7.1.4 Hozzaférés az 1. vagy
2. GUzemmodhoz" [r 65]), és a beltéri egység kezel6fellletén nem jelenik meg
hibakdd. Ha hibakdd lathato, lasd: "11.3 Hibaelharitas a hibakodok alapjan" [» 87].

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek csatlakoznak ([1-5] bedllitas).

MEGJEGYZES

megitélni a mikodési hibdkat.

Zarja le az ellls6 panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen h(it6kozeg-feltoltési
miveletet. Ha az elllsé panel nem csatlakozik, az egység nem tudja megfelelen

MEGJEGYZES

QO O @ 0o P

adattablajan).

Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri egység+kilsé csovek+beltéri
egység(ek)) mar nem tartalmaz h(it6kozeget (pl. hiit6kozeg-visszanyerés elvégzése
utan),az egységet az eléfeltoltés segitségével az eredeti hiit6kozeg-mennyiséggel és a
meghatarozott utantoltési mennyiséggel kell feltolteni (a mennyiséget lasd az egység

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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6.6.3 Az utantoltott hlit6kdézeg-mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

o
l A feltoltés tesztlaborban elvégzend6 végsé bedllitdsaval  forduljon a
markaképviselethez.

INFORMACIO

Késébbi felhasznalds érdekében jegyezze az itt kiszamitott utantoltott hlitékozeg
mennyiségét a h(itékozeg-utdntoltési cimkére. Lasd "6.6.6 A fluortartalmu,
Uveghazhatast okozo gazokra vontakozo cimke felragasztasa" [» 54].

i @

Képlet:
R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,x®6,4)x0,022]
R Atovabbi hlit6kozeg-feltoltés szamitasa R [kg-ban és 1 tizedestortre kerekitve]
X, , Afolyadékesé teljes hossza [m] @a atmérdnél

Metrikus cs6méret. Metrikus méretezés(i csovek esetében az aldbbi tablazat
szerint a sUlyozasi tényez6t hasznalja a képletben szereplé helyett:

Hiivelykben megadott csoméret Metrikus cséméret
Csovek Sulyozasi tényez6 Csovek Sulyozasi tényez6
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

s

Csatlakoztatasi arany elGirdsai. Ha beltéri egységeket valaszt, a csatlakoztatasi
aranynak meg kell felelni az aldbbi kovetelményeknek. Tovabbi informaciokat a
mdszaki adatoknal talal.

Beltéri
egységek

Osszes CR?

CR per tipus®

VRV DX

RA DX

AHU

Csak VRV DX

50~130%

50~130%

Csak RA DX

80~130%

80~130%

VRV DX + AHU

50~110%

50~110%

0~60%

AHU csak
(EKEQ+ EKEXV)
esetében

Paros + multi

90~110%

90~110%

AHU csak
(EKEACBVE+
EKEXVA)
esetében

Paros + multi

759~110%

759~110%

(a
(b

(c

aranynal. Lasd az EKEA+EKEXVA kézikonyvet.

6.6.4 A h(it6kozeg feltoltése

' Osszes CR = A beltéri egységek teljes csatlakoztatdsi aranya
) CR /tipus = Megengedett csatlakoztatasi ardny beltéri egységtipusonként
! Tovabbi korlatozasokra lehet sziikség 75%-nal (65~110%) alacsonyabb csatlakozasi

Nagy rendszerek esetén a hit6kozeg feltoltésének a felgyorsitdsara ajanlatos
el@szor el6tolteni a hitbkozeg egy részét a folyadékvezetéken keresztil, és azutan
végrehajtani a manualis feltoltést. Ez 1épés kihagyhato, ebben az esetben azonban
a feltoltés hosszabb id6t vesz igénybe.

RXYSCQ4~6TMV1B

VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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H(it6kozeg el6toltése

Az el6feltoltés elvégezhetd a kompresszor miikodtetése nélkll, ehhez a hiit6kozeg-
palackot csak a folyadék-elzardszelep szervizcsatlakozdéjara kdsse ra.

1 Csatlakoztassa az abra szerint. Ellendrizze, hogy az Osszes kultéri egység
elzardszelepe, valamint az "A" szelep zarva legyen.

E30

Nyomascsokkenté szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztds

R410A hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyd

Folyadékesé elzaro szelepe

Gazcs6 elzard szelepe

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

OW>PMmK ~® 20 TO

2 Nyissa a C és B szelepet.

Végezze el a hUt6kozeg el6toltését, amig el nem éri a meghatarozott
utantoltési mennyiséget, vagy amig az el6toltés folytatdsa mar nem
lehetséges, majd zarja a "C" és "B" szelepet.

4 \égezze el az aldbbiak egyikét:

Ha Akkor...
Az utantoltendd hiit6kozeg Valassza le a cs6ledgazoét a folyadékvezetékrol.

mennyiseéget elérte Nem kell elvégezni a "H{itSkozeg feltoltése

(manualis hitékozeg-utantoltés modban)"
részben ismertetett |épéseket.

Tul sok hiit6kozeget toltott be | Nyerje vissza a hlit6kozeget.
Valassza le a cs6ledgazoét a folyadékvezetékrdl.

Nem kell elvégezni a "HUt6kozeg feltoltése
(manudlis hitékozeg-utantoltés modban)"
részben ismertetett lépéseket.

Az utantoltendd hiitékozeg Valassza le a cs6ledgazét a folyadékvezetékrdl.

mennyiségét meg nem érte el | ¢o) o505 o "HitGkozeg feltoltése (manualis

hlt6kozeg-utantoltés mdédban)" részben
ismertetett [épésekkel.

H(it6kozeg feltoltése (manualis hiit6kozeg-utantoltés mddban)

A fennmaradd h(it6kozeget a kiltéri egység mikodtetésével lehet betolteni,
manualis hlit6kozeg-utantoltés Gzemmadd segitségével.

5 Csatlakoztassa az dbra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az "A" szelep zarva
legyen.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Mérlegbeosztas

R410A hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

HUtokozeg-betoltd port

"A" szelep

MEGJEGYZES
A hit6kozeg-betoltd port a berendezés belsejében [évé csovekhez csatlakozik. A

berendezés belsé csovei gyarilag fel vannak téltve hiit6kozeggel, ezért a tolt6tomls
csatlakoztatasanal dvatosnak kell lenni.

a
b
c
d

A

6 Nyissa ki az Osszes kiltéri egység elzardszelepeit. Ebben a lépésben az "A"
szelepnek zarva kell lennie!

7 A "7 Konfiguralas" [» 63] és "8 Belizemelés" [» 78] fejezetben leirt Gsszes
biztonsagi elGirast be kell tartani.

8 Kapcsolja be a beltéri és kultéri egységeket.

o

Aktivélja a [2-20] beadllitast a h(it6kozeg-utantoltés elinditdsdhoz manualis
modban. Részleteket 1dsd: "7.1.8 2. Gzemmadd: helyszini beallitasok" [» 69].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

°
l A manualis hlit6kozeg-feltoltési miivelet 30 percen belll automatikusan leall. Ha nem
fejezédik be a betdltés 30 percen belll, és végezze el Ujra a hlitékozeg-utantoltést.

INFORMACIO

* Ha a mdvelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart lezarészelepet észlelt a rendszer),
hibakdd jelenik meg. llyen esetben ellendrizze a "6.6.5 A h(it6kozeg feltoltésével
kapcsolatos hibakddok" [r 54] részt, és végezze el a megfelel§ hibajavitasi
|épéseket. A hiba a BS3 gomb megnyomdsaval allithatéd alaphelyzetbe. A
"Feltoltés" utasitdsokat Ujraindithatja.

i @

= A manualis hiit6kozeg-feltoltés a BS3 gomb megnyomasaval szakithaté meg. A
berendezés leall és visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a h(it6kozeg feltoltését, amig el nem éri a meghatdrozott
utantoltési mennyiséget, majd zarja az "A" szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manudlis h(tékdzeg-utantdltés maod
ledllitdsahoz.

MEGJEGYZES
A hiit6kozeg (el6-)toltése utdn az elzardszelepeket ne feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzdrdszelepekkel Gzemeltetik, az a kompresszort karositja.

MEGJEGYZES
A h(tékozeg betoltése utan ne felejtse el visszatenni a hiit6kozeg-betoltd port

kupakjat. A kupak meghuzényomatéka 11,5 —13,9 Nm.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6.6.5 A hUit6kozeg feltoltésével kapcsolatos hibakddok

INFORMACIO

o
l Hiba esetén a beltéri egység kezel&feluletén hibakod jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén zdrja el azonnal az "A" szelepet. Ellendrizze a hibakddot és
végezze el a megfelel6 [épéseket, "11.3 Hibaelharitds a hibakddok alapjan” [» 87].

6.6.6 A fluortartalmu, Gveghazhatdst okoz6 gazokra vontakozo cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az aldbbiak szerint:

M Contains fluori gases a

RXXX] @[ Jxa——b

————— GWP: XXX

S
0 0+0- ng —d
GWP GWP xkg _|
“Ho00 tCOZeq —e
a Ha afluortartalmd, Gveghdzhatast okozo gazokra vonatkozo tobbnyelv(i cimkét is
mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld nyelvl cimkét,
és ragassza az a folé.
Ellendrizze a h(it6kozeg-toltetet: lasd az egység adattablajat
HUt6kozeg-utantoltési mennyiség
Teljes hlit6kozeg-mennyiség
A teljes h(it6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna
CO,-ban kifejezve.
GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tiveghazhatast okozo gazokra vonatkozoé jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiitékozeget tomeg és CO, kibocsatds egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

o Qn T

-+

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hit6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére. A huzalozasi cimkének kijelolt
helyet biztositottunk.

6.7 A vezetékek csatlakoztatasa

6.7.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasanak bemutatasa

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatdsa jellemz8&en a kovetkez6 lépésekbdl all:

1 Annak ellen6rzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos
el8irasainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységekhez.
Tapellatds csatlakoztatdsa.

Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi elGirasok

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6 | Felszerelés

FIGYELEM

Minden helyszini vezetéket és alkatrészt képesitett villanyszerelének KELL
felszerelnie, és meg KELL felelnitk a vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden pdlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategdriaju tulfesziltség lépne fel.

> B

FIGYELEM

= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

>

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irasoknak.

= A helyszini huzalozdsi munkdlatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiils6 nyomas.

® Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tullfesziltség-levezet6hoz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapellatasrol tzemeltetni.

® Gondoskodjon rdla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakité beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkdbelek legyenek legaldbb 1 méter
tdvolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tdvolsag sem elégséges.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

rendszert a csOszerelés befejezése el6tt mikodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

MEGJEGYZES

Ha a tédpfesziltség N fazisa hidnyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodik.

MEGJEGYZES

Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

MEGJEGYZES
NEM szabad a berendezést bekapcsolni, amig a csGszerelés nincs teljesen kész! Ha a

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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MEGJEGYZES
TILOS eltavolitani a termisztort, a szenzort stb., a tapvezetékek és a jelatviteli

vezetékek csatlakoztatasakor. (Ha termisztor, szenzor stb. nélkil Gzemeltetik, a
kompresszor meghibdsodhat.)

Helyszini huzalozas: Attekintés
Helyszini huzalozas részei:
= tapellatas (foldeléssel egyltt),
= Osszekodtd vezeték a kommunikécids doboz és a killtéri egység kozott,

= RS-485 0sszekotd vezeték a kommunikdcidés doboz és a fellgyeleti rendszer
kozott.

MEGJEGYZES
= A tdpkabeleket és az 6sszekotd kabeleket egymastdl elkilonitve kell vezetni. Az

Osszekoté és a tapvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak
egymassal parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerllése érdekében a kabelek kozott MINDIG
legalabb 50 mm tavolsagot kell tartani.

Jelatviteli vezetékek

Az egységen kivll futd jeldtviteli kabeleket beburkolva, a kiilsé csovekhez poélyalva
kell vezetni.

Atviteli huzalozas m(iszaki adatai és hatarértékei®

PVC szigetelés(i 0,75 és 1,25 mm? kdzotti szigetelt vezetéket (2 eres kabelt)

Ledgazdsok maximalis szdma az egységek kozotti huzalozasban 9

Kabelek maximalis hossza 300 m

(a kultéri és a legtavolabbi beltéri egység kozotti tavolsag)

Teljes kabelhossz 600 m

(a kultéri egység és az 6sszes beltéri egység kozotti tavolsag
0sszege)

@ Ha az 6sszekotd vezetékek teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az kommunikécids
hibat eredményezhet.

A jelatviteli vezeték barmely ledgazdsa utan nem lehet tovabbi eldgazas.

A
~— Jc
b1
22 22 -—- b2
2 i 2 i - -—c1
TTTTTTTTTTT s b3
B
S, a
[0 [Os
A Kiltéri egység
B Beltéri egység
C Kozponti kezel6felllet (stb.)
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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a FG6vezeték
b1, b2, b3 Ledgazd agak
cl,c2 Aledgazas utdn nem lehet tovabbi eldgazas

Példa:
. INFORMACIO
l A kovetkezd abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM egyeznek teljesen rendszerének
elrendezésével.

= |
o [T o2 oL
h%] h- h%]
o f f f
Helyi tapforras (foldzarlat-megszakitdval)
Fékapcsold
Foldelés csatlakozas
Kultéri egység
Beltéri egység
Kezel6felllet
Tapfesziltség-vezetékek (arnyékolt kabel) (230 V)
Jelatviteli vezetékek (arnyékolt kdbel) (16 V)

Téapfesziltség 1~ 50 Hz
—+ Foldelés

500 -n® Q0 T QO

+

Utmutato a kilokélapok eltavolitasahoz

MEGJEGYZES
A kilok&lapok eltavolitdsara vonatkozo el6irasok:

= A berendezés haza ne sériljon meg.

= A lapok kitése utan a rozsdasodas megelézése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek kordli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megelGzésére
azokat véd@szalaggal be kell polyalni.

3
AN

a Kilokélapnyilas
b Leélezni
¢ ToémitGanyag, stb.

Villamossagi bekoétésekre vonatkozé irdanyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték hasznalata javasolt. Sodrott vezeték hasznalata esetén

finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozosarut a vezeték végére.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez
1. modszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrél (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

-
4

2. modszer: Karika alaku csatlakozé hasznalata (ajanlott)

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a
megfelel§ eszkozzel.

/AN

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 modszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés mddja
Egyeres vezeték cb
i AA
vagy ta__l@y|l—ad e
"Tomaorre" csavart vegl —@—
sodort vezeték 1, a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek
csatlakozosaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Meghuzényomatékok
Vezetékek Csavarméret Meghuzényomaték
(Nem)
Tapvezetékek M5 2,0~3,0
(tapvezeték +
foldelGvezeték)
Jelatviteli vezetékek M3,5 0,8~0,97

6.7.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez

FIGYELEM
NE hosszabbitsa meg a tdp- vagy Osszekotd kabeleket vezetékcsatlakozok,

vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramitést vagy tlizet okozhatnak.

MEGJEGYZES
= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a szervizfedél belsején taldlhatd).

= Ugyelijen ra, hogy az elektromos vezetékek NE akadalyozzék a szervizfedél
megfelels visszahelyezését.

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd: "6.2.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 35].

2 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
/a /b
v X

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tulsagosan lecsupaszitja, az dramutést vagy zarlatot okozhat

3 Csatlakoztassa a jelatviteli vezetéket az aldbbiak szerint:
Ne  XaM
A

lolojJolo o)

TOINID_|[TO OUT/

F1|F2

fic

a Haszndlja az arnyékolt kabel vezetékét (2 eres) (nincs polaritas)
b Csatlakozdpanel (nem tartozék)

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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MEGJEGYZES
Arnyékolt kdbelt kell hasznalni, a foldelSvezetékeket a jelatviteli csatlakozdra (X2M)

kosse be.
H F P2 FF2 £

BABRRRE
]

HBBHEE)

TOINDUNT [TOOUTRUNT.— 1 & |

a Foldelés

4 Csatlakoztassa a tapvezetéket az aldbbiak szerint:

1~ 50 Hz
220-240 V

a Foldzarlat-megszakito

b Biztositék
c Tapkabel
5 Rogzitse a kdbeleket (tap- és jelatviteli kabel) kdbelszoritoval.
¢ i Z;.}' P I XM
N/ || e
P
a_ Bk Ll ! X2M
N/
>
b
0 ° ° a
o o
_}—[Ll |

a Kdébelszoritéd
b Csatolélemez
X1M Tépfesziltség
X2M Jelatviteli vezetékek

6 \Vezesse at a vezetékeket a kereten és csatlakoztassa 6ket.

Atvezetés a kereten

a Tapkabel
b Jelatviteli kabel

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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Csatlakoztatas a
kerethez

Amikor kdbeleket vezet az egységhdl, a vezetékek
(PG-beillesztések) véddhivelye a kilok&lapba

helyezhet®d.

Ha nem hasznal kdbeltokot, a vezetékeket helyezze
PVC véd6esébe, hogy a kilokSlap széle ne vagja el
Sket.

A A kUltéri egységen belll
B A kiltéri egységen kivl
a Vezeték

b Védd&karima

c Anya

d Keret

e Tomlé

MEGJEGYZES
A kilok&lapok eltavolitdsara vonatkozo el6irasok:

* Aberendezés haza és az alatta futd csévezeték ne sériljon meg.

= A lapok kiutése utan a rozsdasodas megelézése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek kordli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kdbeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérllésének megelGzésére

azokat véd&szalaggal be kell polyalni.

7 Helyezze vissza a szervizfedelet. Lasd "6.8.2 A klltéri egység lezarasa" [» 62].

8 Kdsson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az dramellatas vezetékébe.

6.8 A kultéri egyseg felszerelésének befejezése

6.8.1 Osszekdtd vezetékek bekotésének befejezése

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan podlyalja Sket a hitékdzegesdvekhez

fed@szalaggal, ahogy az alabbi dbran lathato.

e Yo

a

D|/|/

Folyadékcsovek
Gazcsovek

Fed&szalag
Osszekotékabel (F1/F2)
Szigetelés

c

o QO n T O

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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6.8.2 AKkultéri egység lezarasa

MEGJEGYZES
A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE

|épje tul a 4,1 Nem értéket.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 'DA’K’N RXYSCQ4~6TMV1B
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7 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban elolvassa a rendszer Gzembe
helyez6je, és ennek megfelel§en dllitsa be a rendszert.

i @

Ebben a fejezetben

7.1 HelySzini DEAITTASOK EIVEGZESE .........ieiieie ettt ettt ettt enen 63
711 Helyszini bedllitasok elvégzésérdl 63
7.1.2 Hozzaférés a helyszini beallitas 6sszetevéihez 64
7.13 Helyszini bedllitas 6sszetevsi 64
7.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmaodhoz 65
7.1.5 1. Gzemmod haszndlata ... 66
7.1.6 2. izemmod hasznélata ... 67
7.1.7 1. Gzemmad (és alaphelyzet): Felugyeleti bedllitasok.... 67
7.1.8 2. tzemmaod: helyszini beallitdsok 69
7.1.9 PC-konfigurald csatlakoztatédsa a kiltéri egységhez... 72
7.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad ... 72
7.2.1 Elérhetd f6 tizemmaodok 73
7.2.2 Elérhetd kényelmi bedllitasok 74
7.2.3 Példa: Automatikus tzemmaod hités kozben 75
7.2.4 Példa: Automatikus tizemmaod htités kozben 76

7.1 Helyszini beallitasok elvégzése

7.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérsl

Hdszivattyus rendszer konfigurdldsdhoz az egység PCB panelén (A1P) be kell vinni
adatokat. Ez a helyszini bedllitas aldbbi 6sszetevdire vonatkozik:

= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre

= Akijelzén leolvashatja a PCB panelrdl érkezd visszacsatoldst

A helyszini beallitdsokat az Gzemmadd, a beallitds és az érték hatdrozza meg. Példa:

[2-8]=4.
PC-konfigurdlé

VRV IV-S hé@szivattyls rendszereknél szamos helyszini belzemelési beallitas is
elvégezhets a személyi szamitogép kezelSfellletén (ehhez a kilon beszerezhetd
EKPCCAB* sziikséges). A belzemel§ szamitdégépen elbkészitheti a konfiguraciot
(tavoli helyszinen), ez a konfiguracio késébb feltélthet6 a rendszerre.

Lasd még: "7.1.9 PC-konfigurdld csatlakoztatdsa a kultéri egységhez" [» 72].

1. és 2. lizemmod

Uzemmaéd Leiras
1. Gzemmod Az 1. Gzemmdd hasznalhatd a kiltéri egység helyzetének

fellgyeletére. Egyes helyszini beallitasok is

(fellgyeleti bedllitasok)
fellgyelhetdk.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Uzemmaéd Leiras
2. tzemmod A 2. Gzemmoddal végezhetd el a rendszer helyszini

bedllitdsainak modositdsa. Az aktualis helyszini

/////

(helyszini beallitasok)

modosithatok.

A helyszini beallitdsok médositasa utdn a normal
Uzemmad dltaldban specialis beavatkozas nélkdl
helyredllithaté.

Egyes helyszini beallitdsok specidlis Gzemmddokhoz
hasznalhatok (pl. egyszeri mikodés, visszanyerés/
vakuumszivattyuzdas beallitds, manudlis hlit6kozeg-
utantoltés beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
Uzemelés Ujrainditdsa el6tt meg kell szakitani a specialis
Uzemmodot. Ezt az aldbbi magyarazatoknal feltlintetjuk.

7.1.2 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszeteviihez

Lasd: "6.2.2 A klltéri egység felnyitasa" [» 35].

7.1.3 Helyszini beallitads 6sszetevdi

MEGJEGYZES

A DIP-kapcsold (DS1 az A1P egységen) nincs haszndlatban. NE modositsa a gyari
bedllitast.

Helyszini bedllitast az aldbbi dsszetevékon kell elvégezni:

TEST)| C/H SELECT
HWL: | IND [MASTER] SLAVE

m @ ® ® bl ® ® ® ® ®
@ H1P | H2P | H3P | H4P | H5P [ H6P | H7P [ H8P

MODE L.N.O.P.|DEMAND| MULTI

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

) ) @) @) @)

O ONNe
MODE || SET [|RETURN|| TEST ||RESET

BS1~BS5 Nyomodgombok
H1P~H7P 7-szegmenses LED kijelz4
H8P LED kijelz6 az inicializalasi jelzésekhez

BE () KI (@) Villog (3¥)

Nyomoégombok

Haszndlja a nyomoégombokat a helyszini beallitdsok elvégzéséhez. Az dram alatt
l[évé alkatrészek megérintésének elkeriilése érdekében a nyomdégombokat egy
szigetelt targgyal (példaul kikapcsolt manyag golydstollal) allitsa at.

(o]

BS1 MODE: Uzemmod véltdsa

BS2 SET: Helyszini beallitas

BS3 RETURN: Helyszini beallitds

BS4 TEST: Prébalizem

BS5 RESET: A cim visszadllitdsa a huzalozds mddositasa vagy egy tovabbi beltéri egység

Gzembe helyezése utan

7-szegmenses LED kijelzé

A kijelz& visszacsatoldst ad a helyszini beallitdsokrol, [Uzemmad-Bedllitas]=Erték

formaban.
H1P Mutatja az Gzemmaddot
H2P~H7P A bedllitdsokat és az értékeket mutatja binaris kddolassal

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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H8P NEM hasznalhato a helyszini beallitdsokhoz, csak az inicializédlashoz

Példa:

[:"III FP'-He’IZ2 P+|'::I:3P+Hi P+H4I5 P+Hi P+H ?7]I’ Le I’ra’ s

@ o3t e 0 0 @ Alaphelyzet
(H1P KI)

¥ e ire e 0 @ 1. Gzemmod
(H1P villog)

e ©o o 0 0 @ 2. izemmad
(H1P BE)

 E— 5 bedllts

(H2P~H7P = binaris 8) (2. izemmodban)

T — o ené

(H2P~H7P = binris 4) (2. izemmodban)

7.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmodhoz

Miutdn az egységek BEKAPCSOLTAK, a kijelzd visszaadll az alaphelyzetbe. Innét
beléphet az 1. és a 2. lzemmoddba.

Uzembe helyezés: alaphelyzet

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés

el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

Kapcsolja be a kiltéri és beltéri egységek dramellatasat. Ha a beltéri egységek és
kaltéri egység kozott létrejott és megfelel6en mikodik a jelatvitel, az aldbbi jeldlés
lathatd a kijelzén (gyari bedllitas).

@ SR

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

..Q....{‘w—ﬂmin
\ 4

® © It e @ @ 0 O b

o It 3t @ @ @ 0 O c

a Bekapcsolas
b Alaphelyzet
¢ LED kijelz6 mutatja, ha hiba jelentkezik

Ha az alaphelyzet nem jelenik meg 10~12 perc utdn, ellenérizze a hibakddot a
kiltéri egység kezel6fellletén. A hibakdd szerint szintesse meg a problémat.
El8szor az adatatviteli vezetékeket ellendrizze.

Valtas az uizemmaodok kozott

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. Uzemmadd kozti valtasra.
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BS1[55s]

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale e it e @ 0 @

o) S &

7 "9\ &S‘, ®7
< S
H1P H1P

b3k @ ©¢ @ @ @ o

Q

Alaphelyzet (H1P KI)
b 1. Gzemmodd (H1P villog)
¢ 2. 4zemmdéd (H1P BE)

BS1 Nyomja mega BS1 gombot.
Tartsa lenyomva a BS1 gombot legaldbb 5 masodpercig.

cit e ©e @ © © ©

i

INFORMACIO

Ha a bedllitasi folyamat kozben eltéveszt valamit, nyomja meg a BS1 gombot az
alapértelmezett helyzethez vald visszatéréshez.

7.1.5 1. U0zemmod hasznélata

1. Gzemmod (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat.

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet

Leolvashatja a halk Gzemmadd allapotat az aldbbiak szerint:

# Teendé Gomb/kijelzé
1 Ellendrizze, hogy LED az .o ng "o o e e
alaphelyzetet mutatja.
(H1P K1)
2 Ellenérizze a H6P LED allapotat. ® o ire o0 o

H6P KI: Az egység jelenleg nem halk
Uzemmaoddban mkodik.

® O 3t @ @ It @

H6P BE: Az egység jelenleg halk
Uzemmadban makaodik.

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — 1. lizemmaéd

Leolvashatja az [1-5] beadllitdst (= a csatlakoztatott beltéri egységek szama) az
alabbiak szerint:

# Teendé Gomb/kijelz6
P . H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Az alaphelyzettél kezdje. e te oo o
2 Vélassza az 1. Gzemmodot. 1381 [1%]
X ©e @ @ @ 0 ©
3 Vélassza az 5-as beallitast. 1532 [Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant * @ © @ Ir @ I
bedllitastol fugg) (= binaris 5)
4 | A5, bedllitds értékét jeleniti meg. 1553 [1x]
(8 beltéri egység csatlakozik) * e ® ik o 0 ®
(= binaris 8)
5 Lépjen ki az 1. izemmodbal. 1‘351 [1x]

e 0t e 0 0 @
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7.1.6 2.Uzemmod haszndlata

2. Uzemmodban elvégezheti a helyszini bedllitdsokat a rendszer konfiguralasahoz.

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — 2. lizemmad

Maddosithatja a [2-8] beallitdsokat (= T, h(tési Gzemmdd célhémérséklete) 4-re
(= 8°C) az aladbbiak szerint:

# Teendd Gomb/kijelz6
1 Az alaphelyzett6l kezdje. H;P H:P ng H:P Hzp pr HzP
2 |Vélassza az 2. izemmodot. 1‘331 [5s]
It e ©o @ @ @ @
3 |Vélassza az 8-6s bedllitast. 1‘332 [Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant e e 3xre e e
beallitastol fugg) (= binaris 8)
4 Valasszon 4-es értéket (= 8°C). alBS3 [1x]
, s it e o 0 0 0 @
a: Jelenitse meg az aktudlis értéket. blBsz [Xx]
b: Mddositsa 4-re. ("Xx": az e e ek e e
aktualis, és a kivalasztani kivant sree ciBS;' [1:] .
értéktdl figg) dlBS3 [1x]
c: Vigye be az értéket a rendszerbe. it e ®© 0 0 0 @
d: Erésitse meg. A rendszer a
beallitds szerint kezd mUkodni.
5 Lépjen ki a 2. izemmodbdl. 1581 (1]
e 0t e 0 0 o

7.1.7 1. Gzemmodd (és alaphelyzet): FelUgyeleti bedllitasok

1. Gzemmod (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat.

7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet (H1P Kl)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

Erték / Leiras

HEP

Jelzi a halk Gzemmad éllapotat.

K] ® © 3t e o 0 o

Az egység jelenleg nem halk Gzemmaddban mukodik.

BE ® O It @ @ It @

Az egység jelenleg halk Gzemmddban mikodik.

A halk Gzemmadd csokkenti az egység altal keltett zajt a névleges Gzemi
feltételekhez képest.

Halk Gzemmodd a 2. Gzemmaddban allithatd be. A kiltéri egység halk
Uzemmaodjanak aktivaldsa két eljardssal lehetséges.

= Az els§ eljarads helyszini bedllitdssal automatikusan kapcsolja be az
éjszakai halk Gzemmaoddot. Az egység a kivalasztott alacsony zajszinten
Gzemel a kivalasztott id6tartam alatt.

= A masodik eljards kilsé bemend jel alapjan kapcsolja be a halk
Uzemmodot. Ehhez az Gzemmadhoz kiilsé tartozék sztkséges.

RXYSCQ4~6TMV1B
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Erték / Leiras

H7P

Jelzi a korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmaod allapotat.

K] e © It e © 0@

Az egység jelenleg nem korlatozott teljesitményfelvétel(
Gzemmaoddban mukodik.

BE ® O It @ @ @ It

Az egység jelenleg korldtozott teljesitményfelvétell
Uzemmaodban mikodik.

A korlatozott teljesitményfelvételld Gzemmadd csokkenti az egység
teljesitményfelvételét a névleges Gzemi feltételekhez képest.

Korlatozott teljesitményfelvételd Gzemmadd a 2. Gzemmaddban allithatd

be. A kiltéri egység korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmaodjanak

aktivalasa két eljdrassal lehetséges.

= Az elsé eljards helyszini bedllitdssal kapcsolja be a kiltéri egység
korldtozott teljesitményfelvételd Uzemmddjat. Az egység mindig a
valasztott korlatozott teljesitményfelvételen Gzemel.

= A masodik eljaras kilsé bemend jel alapjan kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az Utzemmaddhoz kiilsé tartozék sziikséges.

7-szegmenses LED kijelz6 — 1. izemmaéd (H1P villog)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

Beallitas (H1p H2p H3P HaP H5P HeP HT7P)

Erték / Leiras

[1-5] *e @ @ Ir @ It

Jelzi a csatlakoztatott beltéri egységek
szamat.

Ez a funkcid jél haszndlhato, ha az
Osszes csatlakoztatott beltéri egység
szama megegyezik a rendszer altal
felismert 0sszes beltéri egységek
szamaval. Ha a szdm nem egyezik,
ajanlott ellendrizni a kiltéri és beltéri
egységek jelatviteli huzalozasat (F1/F2
jelatviteli vonal).

[1-14] 3 FenenTEELEe
Jelzi a legutébbi hibakddot.

[1-15] e e X L Lr xx

Jelzi az utolséd el6tti hibakddot.

[1-16] ¥ e 3x e @ @ @

Jelzi az utolsé el6ttit megel6z6
hibakodot.

Ha a beltéri egység kezel6fellletén
véletlenll torolte a legutdbbi
hibakddokat, ezekkel a feltigyeleti
bedllitdsokkal Ujra ellenérizheti a
kodokat.

A hibakdd tartalmat és okait lasd:

"11.3 Hibaelharitas a hibakodok
alapjan" [» 87] - itt taldlhato a
legfontosabb hibakddok magyardzata. A
hibakddok részletes adatai az egység
szerelési kézikonyvében taldlhatok.

Ha részletesebb adatokat szeretne a
hibarél, nyomja meg a BS2 legfeljebb 3-
szor.

P DAIKIN
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7.1.8 2.Uzemmoad: helyszini bedllitasok

2. Uzemmodban elvégezheti a helyszini bedllitdsokat a rendszer konfiguradldsahoz. A LED binarisan jeleniti meg a

bedllitds/érték szamat.

A [2-8], [2-9], [2-41] és [2-42] beallitasokra vonatkozo tovabbi tudnivaldkat és ezek hatasainak ismertetését lasd:

"7.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod" [» 72].

T, hiitési izemmod célhEmérséklete.

Beallitas Erték
H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= binaris) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Leiras
[2-8] @ @ 3t @ @ ® it @ @ @ @ k¥ @ 6°C

It e © @ @ ¥ ¥

(alapértelmezés)

Automatikus

It @ @ @ k¥ @ @ 8°C
it e o @ ik e 3k 9°C
'@ @ @ ¥ X e 10°C
ot e o @ Ik Ik 3k 11°C

[2-9] wx e e E e e xx

T, ftési Gzemmaod célh8mérséklete.

e © @ 0 @ 3K

(alapértelmezés)

Automatikus

vezérlGadapterrél (DTA104A61/62).

Ha a rendszert az egységre kuldott kilsé jel
vezérlésére halk Gzemmodban vagy korlatozott
teljesitményfelvétellel kivanja mikodtetni, ezt a
bedllitast kell mddositani. Ez a beallitds csak a kultéri
egységbe szerelt, kilon rendelhetd kiilsé
vezérl6adapter (DTA104A61/62) beszerelése esetén
mUkodik.

it e © © @ ik @ 46°C

it e e @k o @ 43°C
[2-12] & reneZE T ee it e @ @ @ @ 3K Deaktivalva.
Halk Gzemmdd és/vagy korlatozott (alapértelmezés)
teljesitményfelvétel bekapcsolasa a kiilsé O — Aktivalva.

[2-18] xleixr e @ XX ®

Ventildtor nagy statikus nyomdsanak beallitasa.

A kultéri egység ventildtora altal leadott statikus
nyomas noveléséhez ezt a beallitast kell aktivalni. A

bedllitasra vonatkozd részleteket a mdlszaki adatok
kozott talalja.

it @ @ @ 6 @ 3K

(alapértelmezés)

Deaktivalva.

e © @ @ ¥ @

Aktivalva.
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Beallitas Erték
H1P H2P H3P HaP HsP HeP H7P (= bindris) H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P Leiras
[2-20] 3 FenEnenTEene It e ®© @0 @ @ 3k Deaktivalva.
Manudlis h(it6kozeg-utantoltés. (alapértelmezés)
Ha a h{it6kozeget manudlisan kivanja utantolteni (az | & reve e e K @ Aktivalva.

automatikus utantoltés hasznalata nélkul), akkor az
alabbi beallitasokat kell elvégeznie.

A manualis h(it6kozeg-utantoltés
ledllitdsahoz (ha a szlkséges
hlt6kozeg-mennyiség utantoltését
elvégezte) nyomja meg a BS3
gombot. Ha a funkciét nem szakitja
meg a BS3 gomb megnyomdsaval, az
egység 30 perc utan ledllitja a
mdveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegendd a szlkséges
hit6kozeg-mennyiség
utantoltéséhez, a helyszini beallitas
modositdsaval a funkcio
Ujraindithato.

[2-21] % FenTETenE O3y

HUt68kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas
Uzemmod.

A rendszerbdl végzett h(it6kozeg-visszanyeréshez, a
maradékanyagok eltavolitdsdhoz vagy a rendszer
vakuumszivattyuzdshoz biztositani kell az
atjarhatdsagot, ezért olyan beallitast kell megadni,
mely kinyitja a h(it6kdzegkor megfeleld szelepeit, igy
a hlit6kozeg-visszanyerés vagy vakuumszivattylzas
megfelelGen elvégezhetd.

it @ © @ @ @ 3K Deaktivalva.
(alapértelmezés)
i+ o 6 0 @ ¥ @ Aktivalva.

A h(it6kozeg-visszanyerés/
vakuumszivattyuzas tzemmaod
leallitdsdhoz nyomja meg a BS1
gombot. Ha a BS1 gombot nem
nyomta meg, a rendszer h(it6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas
Uzemmodban marad.

[2-22] % FenZXmenzETETe

Automatikus halk Gzemmad és a zajszint beallitasa
éjszakai id6szakban.

A beadllitds mddositasaval aktivalja az egység
automatikus halk Gzemmddjat és megadja az Gzemi
zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfeleld
mértékben csdkken. A funkcid inditasi és ledllitasi
id6pontjat a [2-26] és [2-27] bedllitasban adhatja
meg.

e © @ 06 0 @

(alapértelmezés)

Deaktivalva

it @ @ @ 6 @ 3K

1. szint 3. szint<2. szint<1.

e © @ @ X @

2.szint szint

*r @ @ © @ X Ik

3. szint

[2-25] % FenTEXE e ey

Halk Gzemmadd zajszintjének beallitasa kilsé vezérl§
adapterrel.

Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel
vezérlésére halk Gzemmaddban mUkodik, ez a
bedllitas hatdrozza meg a csdkkentett zajszint
mértékét.

Ez a beallitas csak a kilon rendelhetd kilsé
vezérl6adapter (DTA104A61/62) beszerelése,
valamint a [2-12] bedllitas aktivaldsa esetén
mukodik.

it e © @ @ @ 3K

1. szint 3. szint<2. szint<1.

e © @ @ X @

(alapértelmezés)

2.szint szint

it @ @ @ Ik @ @

3. szint
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Beallitas Erték
H1P H2P H3P H4P H5P Hep H7P (= bindris) H1P H2P H3P H4P H5P HEP HTP Leiras
[2-26] % leIZEE e TE e it e e e 0 @ 20:00
Halk Gzemmad inditasi ideje. I+ o 0 0 @ I @ 22:00
Ez a bedllitas a [2-22] beallitassal egyltt hasznalhatd. | (alapértelmezés)
It @ © @ I @ @ 24:00
[2-27] xTe@ 3% %t @ Xt %t it e e 0 @ @ 3K 6:00
Halk Gzemmad ledllitasi ideje. i+ o @ @ @ % @ 7:00
Ez a bedllitas a [2-22] beallitdssal egyutt hasznalhato. | » reve e e e 8:00
(alapértelmezés)
[2-30] 3t le 3% %t 3 3t e Tt e o e e @ 3K 60%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. 1épés)a | ¥ e e @ @ K @ 70%
kulsé kilsé vezérladapterrél (DTA104A61/62). , .
(alapértelmezés)
Haefre,n(ljszer azlegysegre.kulldot,t kU|SOJ/e| ) — 20%
vezérlésére korldtozott teljesitményfelvétell
GUzemmodban mkodik, ez a bedllitds hatdrozza meg
az 1. lépésben alkalmazott korlatozott
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tdblazat
ismerteti.
[2-31] ¢ e 3 Bt X 36 xr it e o 0 0 @ 3k 30%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. 1épés)a | rreve e e K @ 40%
kulsé kulsé vezérladapterrél (DTA104A61/62). ) .
(alapértelmezés)
Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel
it @ © @ 3k 0 @ 50%

vezérlésére korlatozott teljesitményfelvételli
Gzemmodban mikaddik, ez a bedllitds hatdrozza meg
az 2. |épésben alkalmazott korlatozott
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-32] xEFe e @ @0 @

Folyamatos korlatozott teljesitményfelvétell
kényszerlizemmod (nem szikséges kiilsé
vezérlGadapter a teljesitményfelvétel
korlatozasahoz).

Ha a rendszert folyamatosan korlatozott
teljesitményfelvétell kényszeriizemmaodban kell
mikodtetni, ez a beallitas bekapcsolja és
meghatdrozza a folyamatosan alkalmazott
teljesitményfelvételi korlatot. A szinteket a tablazat
ismerteti.

it @ © @ @ @ 3K

(alapértelmezés)

Funkcié nem aktiv.

it e @ @ @ Xk @

[2-30] beallitas szerint.

It e @ @ ¥ © @

[2-31] beadllitas szerint.

[2-38] & BEreneIE e
A beltéri egység tipusa

A beallitds mddositasa utan kapcsolja Kl majd a
tapfesziltséget, varjon 20 mp-et, majd kapcsolja BE
Ujra. Ha ezt elmulasztja, a bedllitds nem kerl
alkalmazasra, és a hiba Ujra jelentkezhet.

e © @ 0 @ 3K

(alapértelmezés)

VRV DX beltéri egységek vannak
beszerelve

it @ @ @ @ Ik e

RA DX beltéri egységek vannak
beszerelve
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Beallitas Erték
H1P H2P H3P HaP H5P HeP H7P (= binaris) H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P Leiras
[2-41] L2 @ 3 @ @ 3F itre © e @ © @ Gazdasagos
H(tés kényelmi bedllitasa. it e @ @ @ @ 3k Enyhe
Ez a beallitas a [2-8] bedllitdssal egyltt hasznalhatd. (alapértelmezés)
it e @ © @ 3k @ Gyors
&t e @ @ @ Ik ik Erds
[2-42] & X @ L e X e re o o 0 0 0 Gazdasagos
Fltés kényelmi beallitasa. %t e 0 0 0 0 ¥ Enyhe
Ez a beallitas a [2-9] beallitassal egyitt hasznalhato. (alapértelmezés)
i+ e @ @ @ 3 @ Gyors
it e © @ @ Ik ¥ Erds

7.1.9 PC-konfigurald csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

a PC

— A1P

c (X41A)

b Kabel (EKPCCAB¥)
c (X41A) Hosszabbito kabel csatlakoztatva az X41A egységre
A1P Kdiltéri egység f6 PCB-panel

7.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad

Ez a h@szivattyus rendszer korszer( energiatakarékossagi funkcioval rendelkezik. A
prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag helyezhet6 el6térbe.
Tobb paraméter vdlaszthatd, mely biztositja az optimadlis egyensulyt az adott
alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabedllitas valaszthatd, ezeket aldbb ismertetjik. Moddositsa a
paramétereket az épllettel szemben tamasztott igényeknek megfelel§ és a
kényelmi-energiatakarékossagi szempontbdl kiegyenlitett mukodést biztositod
Uzemeltetéshez.

A kivalasztott vezérl6tdl flggetlenll a rendszer viselkedése megvaltozhat, ha a
berendezés védelmérdl és megbizhaté mikddésérél gondoskodd vezérlék erre
utasitdst adnak. A kiszabott cél azonban rogzitett és az alkalmazas tipusatdl
flggben azt a cél szolgdlja, hogy a rendszer megfelel6 egyensulyt taldljon az
energiafelhaszndldsa és kényelmi funkcidja kozott.
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7.2.1 Elérhetd f6 Gzemmaddok

Alap

A hiit6kozeg hémérséklete a helyzettdl figgetlenill valtozatlan marad.
Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...

Hd{tés Gzemmaod [2-8]=2

Fltés Gzemmod [2-9]=2

Automatikus

A h(t6kozeg hEmérséklete a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a hUt6kozeg hémérséklete uUgy lesz beadllitva, hogy megfeleljen a
szUkséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti hémérséklet hataroz meg).

Pl. a hdtés Uzemmoddban haszndlt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hiitést végezni alacsony kultéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kiltéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkdzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan novelni kezdi a h(it6kozeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Pl. a f(ités Gzemmddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd fltést
végezni magas kiltéri hémérsékleten (pl. 15°C-on), mint alacsony kiltéri
hémérsékletnél (pl. —5°C-on). Ezt a megkozelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan csokkenteni kezdi a hit6kozeg hémérsékletét, automatikusan
csokkenti a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...
Hdtés Gzemmaod [2-8]=3 (alapértelmezés)
Fltés lzemmad [2-9]=1 (alapértelmezés)

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hiités/flités) az
alapmikodéshez képest. Erzékeny Uzemmddban a vevs kényelemérzete az
elsddleges mUikodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljardsa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmod részletes ismertetéséért forduljon a belizemel6hoz.

Aktivalas az alabbi médban... Méodositsa...

Hd{tés Gzemmaod a [2-8] bedllitast a megfelel értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny beallitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

Flités Gzemmod a [2-9] beallitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny beallitast
tartalmazod, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

[2-8] T, cél (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
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7 | Konfiguralas

[2-9] T. cél (°C)
4 43

7.2.2 Elérhet6 kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez valaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az idStartam és teljesitmény (energiafelhaszndlds) hatdroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének bedllitdsara hasznalt fel a rendszer, mikozben a
hitékozeg hémérsékletét ideiglenesen eltérd értékre dllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

ErGs

A bedllitott hiit6kozeg-hEmérséklethez képest tulfltés (fltés tzemmoddban) vagy
tulhdtés (hdtés tzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatatél engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi mdédban... Modositsa...
H{tés Gzemmaod [2-41]=3.

Ez a beallitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés zemmod [2-42]=3.

Ez a beadllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhatd

Gyors

A bedllitott hiit6kozeg-hEmérséklethez képest tulflités (flités tzemmodban) vagy
tulhdtés (hdtés tzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatdtél engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi médban... Madositsa...
Hd{tés Gzemmaod [2-41]=2.

Ez a beadllitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznélhato.

Fltés Gzemmod [2-42]=2.

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Enyhe

A bedllitott hlit6kozeg-hEmérséklethez képest tulflités (flités tzemmaodban) vagy
tulhités (hités tzemmodban) megengedett a kivant szobahémérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités nem engedélyezett az inditds pillanatatdl. Az
inditds a fenti Gzemmaodban meghatarozott feltételek szerint kezdédik.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Megjegyzés: Az inditasi feltételek eltérnek az erds és gyors kényelmi beadllitasoktdl.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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Aktivalas az alabbi médban...

Modositsa...

H(ités lzemmod

[2-41]=1.

Ez a bedllitas a [2-8] bedllitassal egylitt
hasznalhato.

Flités tzemmod

[2-42]=1.

Ez a beallitas a [2-9] bedllitdssal egyltt
hasznalhato.

Gazdasagos

Az Gzemmoddban meghatdrozott eredeti hlt6kozeg-célhémérsékletet (lasd fent)
minden moddositds nélkil tartja a rendszer, amennyiben a berendezés védelme

érdekében nem kell valtoztatni ezen.

Aktivalas az alabbi médban...

Madositsa...

H(tés tzemmod

[2-41]=0.

Ez a bedllitas a [2-8] bedllitdssal egyltt
hasznélhato.

Flités Gzemmod

[2-42]=0.

Ez a bedllitas a [2-9] bedllitassal egylitt
hasznalhato.

7.2.3 Példa: Automatikus izemmod h(ités kozben

T, |

6°C

3°C

Ilm"-umunw:b

Aktualis terhelési gbrbe

Virtualis terhelési gorbe (kezdeti teljesitmény automatikus modban)
Virtualis célérték (kezdeti elparologtatdsi hémérséklet automatikus médban)
Sziikséges elparologtatasi hémérsékletérték

Terhelési tényezd

Kulsé leveg&hdmeérséklet
Elpdrologtatasi hémérséklet
Gyors

Erds

Enyhe

RXYSCQ4~6TMV1B
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Szobahdmérséklet értékelése:

A

om0 ®m>

Oy

Beltéri egység célhnémérséklete
Mkodés indul

Uzemidé

Enyhe

Gyors

Erds

7.2.4 Példa: Automatikus izemmoad h(ités kozben
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Virtualis terhelési gorbe (alapértelmezett automatikus mod legnagyobb
teljesitmény)

Terhelési gbrbe

Virtualis célérték (kezdeti kondenzacids hdmérsékletérték automatikus modban)
Tervezési hémérséklet

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Kondenzacids hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Szobahdmérséklet értékelése:

A

i
B

c
A Beltéri egység célhémérséklete
B Mdikodés indul
C Uzemids
D Enyhe
E Gyors
P Erés
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8 Belizemelés

Ebben a fejezetben

8.1 ALEEKINTES: EIIONBIZES ... 78
8.2 Biztonsagi el6irdsok a betizemeléskor 78
83 Ellendrzélista belizemelés el6tt 79
8.4 Ellendrzélista belizemelés kdzben 80
8.4.1 A rendszer probatizemelésérdl 80
8.4.2 Probalizem elvégzése (7-szegmenses LED kijelz4) 80
8.4.3 Hibaelharitds a probatzem rendellenes befejezése utan 81

8.1 Attekintés: Ellendrzés

A belzemelés és a helyszini beallitdsok elvégzése utdn a belzemel6 koteles
ellendrizni a megfelel6 mikodést. Ezért probalzemeltetést KELL végezni az aldbbi
eljards szerint.

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probaizemérdl a konfiguralast kovetben.

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1 A'"Belzemelés el6tti ellendrzélista” ellendrzése.

Prébalizem elvégzése.

2
3 SzUkség esetén hibaelharitas a probatzem rendellenes befejezése utdn.
4 Arendszer kezelése.

8.2 Biztonsagi el6irasok a belizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT
A Dbeltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mlkodnek. A probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> BBPP

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sérilést okozhat.

INFORMACIO

Az egység elsé futtatdsi periodusaban magasabb lehet a szlikséges tapellatas, mint az
egység adattabldjan |athato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 6ra folyamatos tGizemelési id6tartamra van szliksége a zokkenémentes mikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az iizemeltetés

elétt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattylhazf(ités dramot kapjon.

A probalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.
Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység elbkészitése (kiuls6 csdvek, elektromos

bekotések elvégzése, |égtelenités, stb.) megtortént. A részleteket

asd a kultéri

egység szerelési kézikonyvében.

8.3 Ellendrzdblista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellenérizze az a

abb felsoroltakat.

2 Zdrjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

L]

Olvassa el az 6sszes szerelési és lzemeltetési utasitast, ahogy azok a Referencia utmutaté
a beszereléshez és a haszndlathoz kiadvanyban szerepelnek.

LJ

Felszerelés

Ellendrizze, hogy a berendezés megfelel§en van-e rogzitve, elkerllend az egység
inditasakor jelentkez6 abnormalis zajok és vibracio keletkezését.

Helyszini huzalozas

Ellendrizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak kivitelezése megfelel-e "6.7 A
vezetékek csatlakoztatasa" [» 54] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi rajznak, valamint a
vonatkozé el6irasoknak.

Tapfesziiltség

Ellendrizze a tapfesziltséget a helyi dramforraspanelen. A fesziltségnek meg KELL egyeznie
az egység adattabldjan feltlintetett feszlltséggel.

Foldelés

Ellendrizze, hogy a foldelGvezetékek megfelel6en csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg
vannak-e szoritva.

A haldzati aramkor szigetelésének tesztje

Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-e a 2 MQ) szigetelési ellenallas ugy,
hogy 500 V egyenaramu feszlltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a foldelés kozé. SOHA ne
hasznaljon megatesztert az 6sszekots vezetékeknél.

Biztositékok, halézati megszakitok vagy védéberendezések

Ellendrizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a helyben felszerelt védéberendezések
értéke és tipusa megfelel-e a "5.3.2 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozé elSirdsok™ [» 33]
fejezetben megadottaknak. Ellenérizze, hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezés
kiiktatva.

Bels6 huzalozas

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolddobozban és az egység
belsejében laza csatlakozasok vagy sériilt elektromos alkatrészek.

Cs6méretek és csdszigetelés

Ellendrizze, hogy a csdvek mérete megfelelG-e, és a szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

Elzarészelepek

Ellendrizze, hogy az elzérdszelepek a folyadék és a gaz oldalon nyitva vannak-e.

Sérilt berendezés

Ellendrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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(] Hiit6kozeg-szivargas

Ellendrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hiit6kozeg-szivargds. Ha h(tékozeg-
szivargast észlel, prébalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem sikerilt, jelezze a
helyi forgalmazdnak. Vigydzzon, hogy ne érintkezzen a h(tékdzegesovek csatlakozdsainal
kiszivargo hit6kozeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

(] Olajszivargas
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl. Ha olajszivargast észlel, probalja
meg megszlntetni az okot. Ha a javitas nem sikerdlt, jelezze a helyi forgalmazdnak.

] Levegébemenet/-kimenet

Ellendrizze, hogy az egység leveg6bemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszoljdk-e el
papirok, csomagoldanyag vagy barmi mas.

(] Hiit6kozeg-utantoltés

A hozzaadott hitékdzeg-mennyiséget fel kell tintetni a mellékelt "Hozzaadott hlit6kdzeg"
(Added refrigerant) tablan, az elilsé fedél hatoldalan.

(] Az lizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni az elllsé panel hatuljara az
EN60335-2-40 szabvanynak megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
bedllitas(oka)t.

8.4 Ellenbrzblista belizemelés kozben

(] Prébaiizem végrehajtasa.

8.4.1 Arendszer préobalizemelésérdl

MEGJEGYZES
Ne feledje végrehajtani a probalizemet az elsé lUzembe helyezés utan. Ellenkezd

11

esetben L7 hibakdd jelenik meg a kezel6fellleten, és a normal Gzemelés vagy az
egyes beltéri egységek prébalizemelése lehetetlenné valik.

Az aldbbi eljards ismerteti a teljes rendszer probalizemét. Ez a mUvelet az aldbbi
elemeket ellendrzi és hitelesiti:

= Hibds bekotések ellendrzése (adatatviteli ellendrzés a beltéri egységekkel).
= Elzardszelepek nyitott alldsanak ellenérzése.
= A cs6hossz meghatdrozasa.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilon ellendrizni. Ha
a probalzem Uzemmodd lefutott, ellenérizze egyenként a beltéri egységek
makodését normal Uzemmddban a kezel6felllettel. Az egyéni prébalzemek
elvégzésének leirdsat a beltéri egységek szerelési Utmutatdja ismerteti.

INFORMACIO

°
l = A kompresszor elinduldsa el6tt 10 percbe is telhet, hogy a hit6kozeg allapota
kiegyenlitédjon.

= A prébalizem soran a h(it6kozeg-aramldsi zaj és a magneses szolenoid szelepek
hangja nagyobb lehet, a kijelzések is valtozhatnak. Ez nem jelent meghibasodast.

8.4.2 Prébalzem elvégzése (7-szegmenses LED kijelz)

1 Ellendrizze, hogy elvégezte-e az 06sszes kivant helyszini bedllitast, 1asd:
"7.1 Helyszini beallitdsok elvégzése" [» 63].

2 Kapcsolja BE a kiltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
80 VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az iizemeltetés

elétt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattylhazf(ités dramot kapjon.

3 Ellendrizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti) allapotot (H1P
KI); 1dsd "7.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmaddhoz" [» 65]. Nyomja le a BS4
gombot legaldbb 5 masodpercre. Az egység probalizem izemmaddba kapcsol.

Eredmény: A prébalizem automatikusan elindul, a kiltéri egységen H2P jelzés
villog, és a kiltéri egységek kezelSfellletén "Probalizem" és "Kozponti vezérlés
alatt" jelzés lathato.

A rendszer automatikus probatzemének lépései:

Lépés Leiras
e 3x o 0 0 0 It Inditas el6tti szabdlyozas (nyomaskiegyenlités)
o x o 0 0 3t @ Hdtés inditasvezérlés
e i o @ @ It It Allandésult hiitési korilmények
e x ® @ 3t @ @ Kommunikacio ellenérzése
o 3 ® @ It & It Elzardszelep ellenérzése
® x ® @ 3t It @ Cs6hossz ellenbrzése
e 3 & 3t @ @ It Leszivattyuzas
o x @ It @ It e Az egység ledll
. INFORMACIO
l A prébalzem alatt a berendezést nem lehet a kezel6fellletrd| ledllitani. Ha le akarja
allitani ezt az Gzemmadot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés +30 masodperc
mulva all le.

4 Ellendrizze a prébalizemmaod eredményeit a kiltéri egység 7-szegmenses LED
kijelz6jének leolvasasaval.

Befejezés Leiras
Zavarmentes ®e 3t 0 0 0 O
befejezés
Rendellenes e it e 0 0 @
befejezés

Haritsa el a hibat a kdvetkez§ fejezet szerint:

"8.4.3 Hibaelharitas a probaltizem rendellenes befejezése
utan" [» 81]. Ha a prébalizem végig lefutott, a rendszer
5 perc elteltével képes lesz a normal mikodésre.

8.4.3 Hibaelharitas a probatizem rendellenes befejezése utan

A prébailzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg hibakdd. Hibakdd
megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakdd téblazatban leirt eljarassal.
Futtassa le Ujra a prébalizemet, és ellenérizze, hogy a rendellenességet sikerilt-e

elharitani.
. INFORMACIO
l Hiba esetén a beltéri egység kezeldfellletén hibakod jelenik meg.
RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés 81
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INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez lasd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikonyvet.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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9 Atadas a felhasznalonak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gy6z&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikbnyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en Uzemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdil fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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10 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlt6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékili tonnaban: h(itékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

10.1

10.2
10.3

Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra VONAtKOZOaN ...........ccovouiiiiiieiiieiceeeeee e 84
10.1.1 Az dramités megel&zése................ 84
A kultéri egység éves karbantartasanak ellenérzélistaja 85
A SZEIVIZ UZEMMOATON ootttk s sttt 85
10.3.1  VAkuum UzemmMOd NASZNAIATA . ......viveiiieiciciii e 85
10.3.2 A NGEOKOZEG VISSZANYEIESE .....eveviieiieieiieiei ettt ettt a ettt es et s ettt et es ettt et s st ese s ens 86

10.1 Biztonsagi 6vintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

© P

MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

10.1.1 Az dramUtés megel6zése

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivaldk:

1

A tapfesziltség kikapcsoldsa utdan 10 percig NE végezzen villanyszerelési
munkakat.

A tapfesziltség csatlakozdblokkjanak csatlakozd kdzott mérje meg mszerrel a
feszlltséget, és ellendrizze, hogy a tdpfesziltség valdban le van-e valasztva.
Tovabbda mérje meg az dbran lathatd pontok kozotti fesziiltséget, és gy6z6djon
meg réla, hogy az elektromos haldzati dramkor kondenzatoranak fesziltsége
kisebb mint 50 V DC. Ha a mért fesziltség tovabbra is tobb mint 50 V DC,
sisse ki a kondenzatorokat biztonsagos modon, az erre kijelolt kondenzator-
kisitd tollal, a szikraképz&dés megel6zése érdekében.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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3 A PCB meghibdsoddsdnak megel6zése érdekében a csatlakozdk kihlzédsa vagy
bedugdsa el6tt érintsen meg egy nem szigetelt fém részt, igy levezethetd az
elektrosztatikus toltés.

4 Az inverter berendezés szerelésének megkezdése el6tt a ventildtormotorok
0sszekotd csatlakozoit a kiltéri egységekben ki kell huzni. Vigyazzon, hogy NE
érintsen meg aram alatt 1évé alkatrészeket! (Ha az erds szél megforgatja a
ventildtort, akkor elektromos toltés tarolodhat a haldzati aramkor
kondenzatoraban, és ez aramutést okozhat.)

Osszekotd csatlakozd X106A M1F esetén

5 A javitds utan dugja vissza az illesztési csatlakozét. Ellenkezd esetben az £7
hibakdd jelenik meg, és NEM lesz lehetséges a normal mikddés.

A tovabbi részleteket a szervizfedél hatoldalan Iévé huzalozasi rajzon taldlja.

Vigydzzon a ventildtorrall Forgd ventildtor mellett veszélyes a berendezés
vizsgdlata. Feltétlendl kapcsolja ki a fékapcsoldt, és vegye ki a biztositékokat a
kiltéri egységben taldlhatd vezérlGaramkorbdl.

10.2 A kultéri egység éves karbantartasanak ellendrzélistaja

A kovetkez6ket legaldbb évente ellendrizni kell:
= Hcseréld

A kiltéri egység hécseréldje por, szennyezédés, levelek stb. miatt eldugulhat.
Ajanlott a hécseréld évente torténd tisztitdasa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomdshoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

10.3 A szerviz Uzemmodrol

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas  Gzemmdd a  [2-21]  beallités
alkalmazasaval lehetséges. A 2. Gzemmdd bedllitasi eljarasat lasd: "7.1 Helyszini
bedllitdsok elvégzése" [» 63].

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmod megkezdése elbtt kiemelt
gondossaggal ellendrizze a visszanyerni/kiszivattylzni kivant kozeget. A h(it6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas részletes leirdsat a beltéri egység szerelési
kézikonyvében taldlja.

10.3.1 Vakuum Uzemmod hasznalata

1 All6 egységen aktivizdlja a [2-21] bedllitdst a vakuumszaritds Gzemmdd
inditasahoz.
Eredmény: A bedllitds elvégzésekor a beltéri és kiltéri egység
szabdlyozdszelepei teljesen nyitnak. Ebben a pillanatban a H1P vilagit, és az
Osszes beltéri egység TEST (probalizem) és (kuls6 vezérlés) jelzést ad, a
mUkodés le van tiltva.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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2 Uritse ki a rendszert vakuumszivattyuval.

3 A BS1gomb megnyomasaval dllitsa le a vakuumszivattyUzast.

10.3.2 A h(tb6kodzeg visszanyerése

Ez h(it6kozeg-visszanyerd egységgel végezheté el. A vakuumszivattyuzasnal
ismertetett modszerrel azonos eljarast kell kdvetni.

VESZELY: ROBBANASVESZELY
Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hlt&kozeg szivarog a hiitékorbal:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(ijté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Uzemelni.

MEGJEGYZES
Ugyelien rd hogy a hiit6kdzeg visszanyerése kézben NE fejtsen le olajat. Példa:

Olajlevalaszto hasznalataval.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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11 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

111 ACLEKINTES: HIDARINAITLAS .....vvoveieeeeiiiieieii e 87
11.2  Biztonsagi el6irasok hibaelharitas esetén 87
11.3  Hibaelharitds @ hibakOdok @lapjAn ......c.ii ittt 87

1131 HIDAKOAOK: ATLEKINTES ...vverviveeiirieiisiesi e 88

11.1 Attekintés: Hibaelharitas

11.2 Biztonsagie

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult
csatlakozadsokat vagy sérult kabeleket.

6irdsok hibaelharitas esetén

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A

FIGYELEM

* Miel6tt megvizsgdlna az egység kapcsolddobozdt, MINDIG ellendrizze, hogy az
egység le van vélasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

® Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mieldtt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

A

FIGYELEM

A hdémegszakitd véletlen visszaallitdisa miatti balesetek elkertléséhez: ez a
berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoldeszkodzzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan daramkorhoz, amelyet a koézm( rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

11.3 Hibaelharitas a hibakddok alapjan

Hibakdd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakdéd tablazatban leirt

eljarassal.

A rendellenesség elhdritdsa utdn nyomja meg a BS3 gombot a hibakdd torléséhez
és a mikodés folytatdsahoz.

i

INFORMACIO

Hiba esetén a beltéri egység kezel6fellletén hibakod jelenik meg.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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INFORMACIO

i @

Meghibdsodas esetén a kultéri egység 7 szegmenses kijelz6jén és a beltéri egység
kezel&fellletén hibakod jelenik meg.

11.3.1 Hibakddok: Attekintés

F6kod Ok Megoldas
E3 = Egy kUltéri egység elzardszelepe zdarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali
maradt. elzardszelepeket.
= H(it6kozeg-tultoltés Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a
szikséges hltékozeg-mennyiséget, és
korrigdlja a szintet: a felesleges hUt6kozeg-
toltetet tdvolitsa el egy h(tbkozeg-
visszanyer® berendezéssel.
EH = Egy kUltéri egység elzardszelepe zdrva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali
maradt. elzarészelepeket.
= Kevés h(tékozeg Ellenérizze, hogy a h(tbkdzeg-utantoltés
helyesen tortént-e meg. Szamolja ki Ujra a
cs6hossz alapjan a szlkséges h(tékozeg-
mennyiséget, és korrigdlja a szintet: t6ltson
még be hit6kozeget, ha kell.
Eq Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a mkodtets
(Y1E) - A1P (X21A) egységen a bekotést.
(Y3E) - A1P (X22A)
F3 = Egy klltéri egység elzardszelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gdz oldali
maradt. elzardszelepeket.
= Kevés h(it6kozeg = Ellenérizze, hogy a hitékozeg-utantoltés
helyesen tortént-e meg. Szamolja ki Ujra a
cs6hossz alapjan a szlkséges h(tékozeg-
mennyiséget, és korrigdlja a szintet: t6ltson
még be hiitékozeget, ha kell.
FE Hdt6kozeg-tultoltés Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szlkséges
hlt6kozeg-mennyiséget, és korrigdlja a szintet:
a felesleges h(it6kozeg-toltetet tavolitsa el egy
h(tékozeg-visszanyerd berendezéssel.
HT Kultéri hémérséklet-érzékels hiba (R1T) - A1IP | Ellen6rizze a PCB-panelen vagy a mkddtets
(X11A) egységen a bekotést.
W Tavozo levegd hémérséklet-érzékelbje hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd

(R2T): nyitott kor / zart kor - A1P (X12A)

egységen a bekotést.

s Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(R3T) - AP (X12A) egységen a bekotést.
(R5T) - A1P (X12A)

= Folyadék hémérséklet-érzékelGje (hécseréld) Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a mkddtets

hibds (RAT) - AP (X12A)

egységen a bekotést.

Folyadék-hémérséklet érzékel§ (tulhlté HE
utan) hibas (R7T) - A1P (X13A)

Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd
egységen a bekotést.

Gaz h6mérséklet-érzékeldje (tulhlité HE utan)
hibés (R6T) - ALP (X13A)

Ellendérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
egységen a bekotést.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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F6kod Ok Megoldas
A Tdlnyomas-érzékel6 hibas (SINPH): nyitott kor / | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
zart kor - A1P (X17A) egységen a bekotést.
ir Kisnyomas-érzékeld hibas (SINPL): nyitott kor / | Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
zart kor - A1P (X18A) egységen a bekotést.
LC Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 / FAN1 Ellendrizze a csatlakozast.
jelatviteli hiba
1= INV1 tédpfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a tapfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e.
uz Elégtelen tapfesziltség Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelel§-e.
U3 Hibakdd: Rendszer probalizeme nem lett Végezze el a rendszer-probatizemét.
végrehajtva (a rendszer nem m(ikodtethetd)
L A kultéri egységre nincs dramellatas. Ellendrizze, hogy a kultéri egység tapkabelei
megfelel6en vannak-e csatlakoztatva.
7 Q1/Q2 bekotés hibas Ellendrizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
uq Rendszerhiba. Nem megfelel§ beltéri Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait,
egységeket hasznal egyltt (R410A, R407C, RA, |illetve a beltéri egységek megengedett
stb.) kombinacioit.
Beltéri egység hiba
uR Nem megfelel6 beltéri egységeket Ellendrizze a csatlakoztatott beltéri egységek
csatlakoztatott. tipusat. Ha nem megfeleld, cserélje ki.
LIH Nem megfelel6 csatlakozadsok az egységek Csatlakoztassa megfelel6en a BP egység F1 és
kozott. F2 osszekotSkabeleit a kiultéri egység PCB
panelére (A BP EGYSEGRE). Ugyeljen ra, hogy
engedélyezze az adatatviteli kapcsolatot a BP
egységgel.
LF = Egy kUltéri egység elzardszelepe zdrva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali
maradt. elzardszelepeket.

= A meghatdrozott beltéri egységrdl a villamos
vezetékek és a csovek nem csatlakoznak
megfelel6en a kiltéri egységhez.

= Ellenérizze, hogy a meghatdrozott beltéri
egységrél a villamos vezetékek és a csovek
megfelel6en  csatlakoznak-e a  kiltéri
egységhez.

RXYSCQ4~6TMV1B

PDAIKIN

VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés

4P404224-1D - 2025.11

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

89



12 | Hulladékba helyezés

12 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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13 Mszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhet§ a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényld)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

13,1 SZEIEIESI LA KUEIT @BYSEE ... . vttt ettt ettt s st es st s et s et es et s et ene s ens 92
13.2 CSOVEK rajza: KUIETT @EYSEE . .uviuiiiiiietteet ettt ettt h ettt ettt sttt s et s ettt ettt ettt ettt enas 94
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13.1 Szerelési tér: Kiltéri egység

Ha a vezetékeket egymds mellé szereli, a cs6vezetéket elll vagy lefelé kell elvezetni. Ebben az esetben oldalsé
csGelvezetés nem lehetséges.

Egyetlen egység (2)) | Egy sor egység (@

— 2100

A B,C — 2250 | 2100 | 2100

B, E — 2100 21000 <500
AB,C E |— 2250 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500

D, E — 2500 |21000| <500

B,D — =100 =500

A B,C — 2250 | 2300 21000
AB,CE |— 2250 | 2300 |21000 >1000 <500
D — >1000
D,E — >1000/21000| <500
B,D Ho>H,, >300 >1000
Ho<sH,, >250 >1500
YaHy<Hop<H, >300 >1500

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e

Akadalyok (falak/terellemezek)

Akadaly (tetd)

Minimalis szerelési tér az egység és az A, B, C, D és E akadaly kozott

Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle kozott, a B akadaly irdnyaban
Maximalis tdvolsag az egység és az E akadaly széle kozott, a D akadaly irdnyaban
Az egység magassaga

B és D akaddlyok magassaga

Tomitse a szerelSkeret aljat, hogy a kifujt levegd ne juthasson vissza a szivooldalra
az egység aljan keresztul.

Legfeljebb két egységet lehet felszerelni.

Nem szabad

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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==
Tébb sor egység (BB IE ")

Hz Hy b (mm)
Hg<¥2H, b=>250
Y2Hy<Hg<H, b=300
Hg>H, S

Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (EJ@@]+)

Oojo] A1
BEEjE]

ENEREN
EREREN

A2

B1

ENEREN
EREREN

B2

A1=>A2 (A1) Fennall a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a felsd és also

egyseg

kozott...

(A2) Ekkor szereljen tet6t a felsé és az alsd egységek kozé. Szerelje a fels§ egységet
olyan magasra az alsé egység folé, hogy megakadalyozza a jegesedést a felsd

egység

alsélemezén.

B1=>B2 (B1)Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a felsd és
alsé egység kozott...
(B2) Ekkor nem sziikséges tet6t felszerelni, de tomitse a felsd és az also egységek
kozotti hézagot, hogy a kifujt levegd ne juthasson vissza a szivdoldalra az egység
aljan keresztdl.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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13.2 Csovek rajza: Kaltéri egység

<
m
(2}

R7T

R6T

Iﬁ_, T

e

Y3E

-..%1

R3T

JN-

R2TR Qi

TstmPH

S1PH

i

53 X T0 w0 Q0 T

Elzaroszelep (gaz)

Elzardszelep (folyadék)

Sz(r6 (3x)

Tulh(t6 hécseréld

PCB h(itéborda
Nyomasszabalyozd szelep
Hécserél6

A szervizcsatlakozd (nagynyomasu)
Hangtompito

Visszacsapdszelep
Kompresszortartaly

Kapillaris csé

Szervizcsatlakozd (hit6kozeg-feltoltés)
Kiegyenlitétartaly

Kompresszor

Ventilator motor

Termisztor (levegd)
Hémérséklet-érzékels (elvezetés)
Termisztor (1. szivd)

Termisztor (h6cserél§ jégtelenitd)
Termisztor (2. szivo)

Termisztor (tulh(ité hécseréld)
Termisztor (folyadékcsé)
Tulnyomas-érzékeld
Kisnyomas-érzékel§
Tulnyomas-kapcsolo

Elektronikus szabalyozdszelep (f6)
Elektronikus szabalyozdszelep (tulh(té h6cseréld)
Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Fdtés

Hités

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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13 | MUszaki adatok

13.3 Kapcsolasi rajz: Kultéri egység

Az elektromos huzalozdsi rajz az egység része, az elllsé szervizfedél belsején

talalhato.

Megjegyzések RXYSCQ4~6-hez:

1  Ezahuzalozasi rajz csak a kiltéri egységre vonatkozik.

A U Bw N

lelolések (lasd alabb).

a szerelési kézikonyvet.

A BS1~BS5 és DS1+DS2 kapcsolok bedllitdsat |asd a szerelési kézikonyvben.
Uzemelés kdzben ne zarja révidre az S1IPH védSberendezést.

Szinek (lasd alabb).
Az F1-F2 BELTERI-KULTERI atviteli huzalozassal kapcsolatban tekintse meg

7 Kozponti vezérlés hasznélata esetén csatlakoztassa az F1-F2 KULTERI-
KULTERI adatétviteli vezetéket.

Jelolések:

L
N

<>«B@+*EEE

Szinek:

BLK
BLU
BRN
GRN
ORG
RED
WHT
YLW

Jelmagyarazat az RXYSCQ4~6 bekdtési rajzhoz:

AlP
A2P
BS1~BS5

Fazis

Nulla

Helyszini huzalozds
Csatlakozosav
Csatlakozé

Rogzitett csatlakozo
Mozgathatd csatlakozo
Veédafoldelés (csavar)
Zajmentes foldelés

Csatlakozd

Fekete

Kék

Barna

Zold
Narancssarga
Piros

Fehér

Sarga

Nyomtatott aramkéri kartya (f6)

Nyomtatott aramkori kartya

Nyomaogomb kapcsold

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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Cc1 Kondenzator
DS1 DIP kapcsolo
E1HC Forgattyuhazfltés
F1U Biztositék
F3U, F4U Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
FeuU Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V)
H1P~H8P Vilagito dioda (lUzemjelzés: narancssarga)
H2P:
= El6készités, vizsgalat: Villog
= Hibaészlelés: Vilagit
HAP Vilagito dioda (Uzemjelzés: zold)
HBP Vilagito dioda (Uzemjelzés: zold)
K11M Magneses véddrelé
K1R Elektromagneses relé (Y1S)
K4R Elektromagneses relé (E1HC)
K10R Elektromagneses relé
L1IR~L3R Onindukcios tekercs
M1C Motor (kompresszor)
M1F Motor (ventilator)
PS Kapcsoldizemd tapforras
R1, R2 Ellenallas
R1T Termisztor (leveg6)
R2T Termisztor (nyomocsé)
R3T Termisztor (1. szivd)
RAT Termisztor (h6cserél6 jégtelenitd)
R5T Termisztor (2. szivd)
R6T Termisztor (tulh(it6 hécseréld)
R7T Termisztor (folyadékcsé)
FINTH Termisztor (borda)
SINPH Tulnyomas-érzékels
SINPL Kisnyomds-érzékels
S1PH Tulnyomas-kapcsold
V1R IGBT tapfeszlltség modul
V2R Egyeniranyité modul
VI1T~V3T Szigetelt bipolaris kaputranzisztor (IGBT)
V1D~V3D Didda
X1M, X2M Kapocsléc
X37A Csatlakozd
Referencia Utmutaté a beszereléshez és a hasznélathoz P DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6)
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (tulh(it6 hécseréld)
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Z1C~77C ZajszUré (ferritmag)
Z1F~Z5F Zajsz(ré
RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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14 A rendszerrol

Ennek a VRV IV-S h@szivattyUs rendszernek a beltéri egysége kilonféle hits/f(its
rendszerekkel hasznalhatd. A haszndlhatd beltéri egység tipusat a kiltéri egység
sorozattipusa hatarozza meg.

Altaldban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathaték a VRV IV-S hdszivattyus
rendszerhez (a felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és beltéri
egységek tipusa egyarant meghatarozza):

= VRV kozvetlen expanzids beltéri egységek (levegs-levegd rendszerek).
= RA kdzvetlen expanzids beltéri egységek (levegd-levegs rendszerek).
= AHU (levegd-levegd rendszerek): EKEXV(A)-készlet szlikséges.

= | égfliggdny (levegb-levegé rendszerek): A tovabbi informacidkat az adatkdnyv
kombindcids tablazataban talal.

AHU egység és VRV IV-S h@szivattyus egység 0sszekapcsoldsa tamogatott.

AHU egység és VRV IV-S h@szivattyus kiltéri egységek multi rendszerbe kapcsolt
hasznalata tdmogatott, még VRV IV-S kozvetlen expanzids beltéri egység(ek)
haszndlata mellett is.

Tovabbi miszaki informaciokat a mdlszaki adatoknal talal.

FIGYELEM
= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= H(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt ldng a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez és nem
tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegéjébe keril, majd
héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével sth. Az Gjboli izemeltetés
el6tt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia KELL, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az dllag megdvasa érdekében
NE hasznalja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hlitésére.

©

MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi modositasaval vagy bévitésével kapcsolatban:

©

A m(szaki adatoknal megtaldlhatd (tovabbi bdvitéséhez) az engedélyezett
kombinacidk teljes listdja, melyet gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt.
Tovabbi informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés belizemelését
végz6 személyhez.

INFORMACIO
= VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem megengedett.

i @

= RA DX és AHU beltéri egységek kombinacidja nem megengedett.

= RA DX és beltéri légfliggony egységek kombinacidja nem megengedett.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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14 | A rendszerrdl

14.1 Arendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

f f

T

dZ dZ af af

VRV IV-S h@szivattyu kiltéri egysége

HUtokozegesovek

VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység

Kezel&felllet (a beltéri egység tipusdnak megfeleld)

BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kozvetlen expanzids (DX) beltéri
egységekre kell csatlakoztatni)

Residential Air (RA) kbzvetlen expanzids (DX) beltéri egységek

g Kezel6felllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak megfeleld)

oD Qn T O

-

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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15 Kezel6felllet

VIGYAZAT
= Ataviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

A jelen Gzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkcidit tekinti at, és nem
ad teljes kord tajékoztatast.

A bizonyos funkciok bekapcsoldsahoz elvégzendd lépéseket az adott beltéri egység
szerelési és Gzemeltetési kézikdnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felllet Gzemeltetési kézikdnyvét.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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16 Mdkodes

Ebben a fejezetben

16,1 UZEMEIETES @IBLE ..v.ioieieieiieie bbb

16.2  Mikodési tartomany
16.3  Arendszer kezelése

16.3.1
16.3.2
16.33
16.3.4

16.4  Szaritd program hasznadlata

16.4.1
16.4.2

16.5  Aleveg6fuvas irdnyanak beallitdsa ....

16.5.1

16.6  Af6 kezel6fellet kijelolése

16.6.1
16.6.2
16.6.3
16.6.4

16.1 Uzemeltetés el§tt

Az operacios rendszerrdl
H(ités, fltés, ventilator és automatikus Gzemmaodrol
A flités tzemmadrol
Az operacids rendszerhez ..

A szaritd programrol
Szaritd program hasznalatdhoz..

A levegétereld szarnyrol ...

A f6 kezelfelllet bedllitasardl ......
A f6 kezel&felllet kijelolése (VRV DX)
A 6 kezel&felllet kijelolése (RA DX)

A vezérlési rendszerekrdl

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a belizemelést végz§ személy
szakszerlien Uzembe helyezte.

VIGYAZAT
= Atdviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibdsodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sérilést okozhat.

@ B B P

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerel6re.

Ez az Uzemeltetési kézikonyv a kovetkez6 normadl vezérlésl rendszerekre
vonatkozik. Az Uzemeltetés el6tt kérjen a forgalmazotdl a rendszerre vonatkozdé
Uzemeltetési kézikbnyvet. Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérl6rendszere van,
akkor kérjen a forgalmazotdl a rendszerre vonatkozo Uzemeltetési kézikonyvet.

Uzemmadok (a beltéri egység tipusanak megfeleld):

= F(tés és h(tés (leveg6-levegd).

= Ventildtor Gzemmad (levegd-levegd).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Az egyedi funkciokat a beltéri egység tipusa hatdrozza meg, errél a megfelel§
szerelési és Uzemeltetési kézikonyvben taldl bévebb tajékoztatast.

16.2 MUkodési tartomany

A rendszert az aldbbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Hiités Fiités
KUltéri hémérséklet —5~46°C DB —20~21°CDB
~20~15,5°C WB
Beltéri hémérséklet 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%"

@ Azért, hogy ne csdpogjon lecsapddott para az egységhdl. Ha a hémérséklet vagy a
pératartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe [éphetnek, és a Iégkondicionaléd nem mikodik.

A fent megadott mlkddési tartomany kizardlag VRV rendszerre kotott kozvetlen
expanzios beltéri egységekre vonatkozik.

AHU hasznalatdra specialis m(ikodési tartomanyok érvényesek. Ezek az adott
egység szerelési/lizemeltetési kézikonyvében taldlhatok. A legfrisebb jellemzéket a
mdszaki adatoknal talalja.

16.3 A rendszer kezelése

16.3.1 Az operdcios rendszerrél

= Az Gzemmod a kultéri egységnek és a kezel6fellletnek megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a fé tdpkapcsoldét 6 oraval az
Uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tdpkapcsolét Uzem kdzben kikapcsoljdk, a mikodés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfeszlltséget Ujra visszakapcsoljak.

16.3.2 Hdtés, fltés, ventilator és automatikus Gzemmaodrol

= Atvaltds nem hajthatd végre olyan kezel&feliilettel, amelynek kijelzéjén
"atvaltas kozponti vezérléssel" [athatd (lasd a kezel6feliilet szerelési kézikbnyvét
és Uzemeltetési kézikdnyvét).

= Ha a kijelz6n a "atvaltds kozponti vezérléssel" jelzés villog, 1dsd: "16.6.1 A {6
kezel6felllet beallitasarol" [» 106].

= Aventildtor a f(ités mkodés ledlldsa utan még korulbellil 1 percig mikodhet.

= A |égszéllitas is megvaltozhat a helyiség h6mérsékletének fliggvényében, sét a
ventilator azonnal le is dllhat. Ez nem jelent hibds mikodést.

16.3.3 A flités Gzemmodrol

F(ités Uzemmoddban altaldban tovabb tart a bedllitott hémérsékletérték elérése,
mint hltés Gzemmaodban.

Az aldbbi Uzemmddra valt a rendszer, hogy megel6zze a flitSteljesitmény
csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a berendezésbdl.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Jégmentesités lizemmad

Fltés kozben a kiltéri egység léghlitésli hdcseréldjén nagyobb mértékl a
jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat. llyenkor csokken a fltés
hatasfoka, ezért a rendszernek jégmentesitési modba kell kapcsolni, hogy
jégtelenitse a kiltéri egységek hdcserélbit. Jégtelenités kozben a beltéri egység
oldalan atmenetileg csokkenhet a flitési kapacitds, amig a jégtelenités be nem
fejezédik. Jégtelenités utdn az egység Ujra teljes flitési teljesitménnyel Gzemel.

A beltéri egység ventildtor Gzemmadja kikapcsol, a forditott mUikodési hitékor az
épllet belsejébdl szarmazd energiat hasznalja fel a kiltéri egység hécserélSjének
jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési Gzemmaddot [&/ O],

Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leallitja azért, hogy a flitési ciklus
kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegst. A kezel6felllet kijelzGjén
(&/®) jelzés Iathatd. Némi idSbe telhet, hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent
hibds mikodést.

INFORMACIO

o

l * Ha a kuls6 hémérséklet visszaesik, a fltdteljesitmény csokken. llyenkor a
berendezés mellett egy masik fit6késziléket is izembe kell dllitani. (Nyilt ldnggal
mikodd készulék hasznalatakor gyakran kell szell6ztetni a helyiséget). Ne tegyen
olyan készilékeket a levegé Utjaba vagy a berendezés ala, amelyek nyilt tizet
okoznak.

* Hosszabb Uzemszlnet utan, a berendezés elsé bekapcsolasakor id6be telik a
helyiség felmelegitése, mivel a berendezés meleg levegé keringetésével fiti fel a
helyiséget.

* Ha a meleg levegd felszall a mennyezet ala, és a padld folott hideg van, akkor
ajanlatos egy levegdkeringetd rendszer haszndlata (beltéri ventilator a levegd
keringetésére). Ezzel kapcsolatban a forgalmazétdl kérjen informaciét.

16.3.4 Az operacios rendszerhez

1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmaoddvalasztdas gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a kivant Gzemmaodot az aldbbiakbdl.

* H(ités lzemmad
® F(ités lzemmoad
¥ Ventildtor lizemmad

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(ikodésjelz6 lampa kigyullad, és a rendszer miikodésbe 1ép.

16.4 Szarito program hasznalata

16.4.1 A szaritd programrol

= A program célja a szoba pdratartalmanak csdkkentése, a lehetd legkisebb
hémérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis hitése).

= Egy mikroszamitogép automatikusan meghatdrozza a hémérséklet és a
ventilatorsebesség értékét (a kezel6felllettel nem lehet bedllitani).

= Arendszer nem mUkaodik, ha a szoba hémérséklete alacsony (<20°C).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B

104

VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P404224-1D - 2025.11



16 | MUkédés

16.4.2 Szaritd program hasznalatdhoz
Inditas

1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztds gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a [¢!] izemmaddot (programozott szaritas tizemmad).

2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombijat.

Eredmény: A m(kodésjelz6 ldampa kigyullad, és a rendszer mikddésbe 1ép.

3 Nyomja meg a leveg6fuvas irdnyanak beallitdgombjat (csak a két leveg8utas,
sok leveg@utas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
lasd: "16.5 A levegéfuvas irdnyanak beallitasa" [» 105].

Leallitasa

4 Nyomja meg Ujra a kezel6feltleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mUikodésjelzd ldmpa kialszik, és a rendszer ledll.

MEGJEGYZES
A készulék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az aramot; varjon legalabb 5 percet.

16.5 A leveg6fuvas iranyanak beallitasa
Lasd a kezel6felllet Uzemeltetési kézikonyvét.
16.5.1 Alevegébterels szarnyrol

LevegGtereld szarny tipusai:

) \;]Q\? /7 \ Két levegbutas + sok levegB8utas egységek
- \*’/ /Q’ Sarokba telepithet§ egységek

. \7@ /@ Mennyezetre erésitett egységek

- q @ Falra szerelt egységek
(VAR

Az aldbbi korilmények kozott a mikroszamitogép vezérli a leveg6fuvas iranyat,
emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétdl.

Hiités Fiités
= Ha a szoba hémérséklete | = Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a bedllitott|.« H3 a4 szobidban a h&mérséklet
homerséklet. magasabb, mint a célhémérséklet.
= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes leveg&favasi irdnnyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hités mddban a berendezést
folyamatosan lefelé irdnyitott leveg6fluvassal Gzemeltetik, a mikroszamitdgép
atveheti a leveg6fuvas vezérlését, és a kezelSfellleten a jelzés is ennek
megfelelen valtozik.

A levegbfuvas irdnya az alabbi médokon allithato be:
= AlevegGterel$ szarny automatikusan beallitja magat.
= Aleveg6fuvas irdnyat a felhaszndlé rogzitheti.

RXYSCQ4~6TMV1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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—
- Automatikus </ és rogzitett allas /.

FIGYELEM
NE nyuljon a levegékimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak

legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES
= A terel6lap mozgashatara vdltoztathatd. Ezzel kapcsolatban a forgalmazotdl

kérjen informaciot. (Csak a két levegdutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre » -~ 4llitani. Ellenkezd esetben pdra vagy por
rakédhat a mennyezetre vagy a szérnyra.

16.6 A f6 kezel&felllet kijeldlése

16.6.1 A f6 kezel6felllet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

a

= 1

b rc | c | roe e
A A B N
. dEl dF 0 g gf
VRV IV-S hészivattyu kiltéri egysége
H{t6kozegesovek

VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység

Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kozvetlen expanzids (DX) beltéri
egységekre kell csatlakoztatni)

f Residential Air (RA) kdzvetlen expanzios (DX) beltéri egységek

g Kezel6felllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak megfelel&)

T QO n T O

Ha a rendszer a fenti dbra szerint van telepitve, akkor az egyik kezel6fellletet ki kell
jeldlni, mint f6 kezel&fellletet.

A segéd kezel6feluletek kijelzéjén jelenik meg (véltas kozponti vezérlés alatt),
és a segéd kezel6fellletek automatikusan kovetik a f6 kezel6felllet dltal megadott
Gzemmodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy h(ités Gzemmaodot valasztani (hiités/
fités mestermad).

16.6.2 A f6 kezel6felllet kijelolése (VRV DX)
Ha csak VRV DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV rendszerhez:

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmoddvalasztds gombot 4
masodpercig. Amennyiben ez az eljards még nincs elvégezve, az eljarast az
elsd kezel6fellleten lehet végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kultéri egységhez csatlakoztatott Gsszes segéd
kezel&fellleteken a (HA] jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt) villogni kezd.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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2 Nyomja meg az lUzemmoddvalasztds gombot azon a vezérlén, amelyet f6
kezel6feliletként szeretne kijeldlIni.

Eredmény: A kijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a f6 kezel6felllet, és a
kijelz6rél a jelzés (véltads kozponti vezérlés alatt) eltlnik. A tdbbi
kezel&felilet kijelz8in megjelenik a (HA] jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt).

16.6.3 A f6 kezel6felllet kijelolése (RA DX)
Ha csak RA DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV IV-S rendszerhez:
1 Allitsa le az dsszes beltéri egységet.

2 Ha a rendszer nem mukodik (az 6sszes beltéri egység bedllitasa fltés Kl),
meghatadrozhatja a f6 RA DX beltéri egységet, ehhez az adott egységet az
infravoros kezel6feltlettel kell irdnyitani (kapcsolja BE a fltést a kivant
modban).

A 6 egységet kizardlag az el6z6 eljaras megismétlésével lehet atvaltani. A h(ités/

flités atkapcsoldsa (vagy forditva) csak a kijelolt f6 beltéri egység lizemmaodjanak

megvaltoztatdsaval lehetséges.

16.6.4 A vezérlési rendszerekrdl

A rendszer lehet6séget ad az egyedi vezérlés mellett (egy kezelSfelllet egy beltéri
egységet vezérel) két masik vezérl§ rendszer alkalmazasara. Ellenérizze az
aldbbiakat, ha az egység vezérlése a lentiek szerinti:

Tipus Leiras

Csoportos vezérlésl rendszer | Egy kezel&felllet max. 16 beltéri egységet
vezérel. Minden beltéri egység bedllitasa

megegyezl.
Két kezel6felllettel vezérelt Két kezel6felllet vezérel egy beltéri egységet
rendszer (csoportos vezérlésnél a beltéri egységek egy

csoportjat). A tavirdnyitok kialon-kalon vezérlik
az egységet.

MEGJEGYZES
Keresse meg a forgalmazdt, ha csoportos vagy két kezel&felulettel végzett vezérlésre

szeretne atallni, illetve azok beallitasaval kapcsolatban.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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17 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod

Tartsa be a kovetkez6 odvintézkedéseket a rendszer megfelel§ mUikodése
érdekében.

= Allitsa be helyesen a leveg&kimenetet, és probalja elkerilni, hogy a légaram a
szobaban tartdzkoddkat kozvetlendl érje.

= A kényelmes koérnyezet érdekében megfelelen allitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerilje a tulzott flitést vagy h(tést.

= Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

= Gyakran szell6ztessen. Hosszabb haszndlat utan kilonosen fontos a szell§ztetés.

= Tartsa zarva az ajtdkat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba levegdje eltavozik, gyengitve a h(it6- vagy flit6hatdst.

= NE h(tse vagy flitse tul a szobat. Ha a h6mérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatasfokot, vagy a mikodés ledllasat okozhatja.

= Ha a légkondiciondlot hosszabb ideig nem hasznadlja, akkor kapcsolja ki a készilék
tapkapcsolojat. Ha a kapcsold be van kapcsolva, akkor a berendezés dramot vesz
fel. Ujrainditdskor a zavartalan (zemelés érdekében kapcsolja be a f6
tapkapcsoldt 6 éraval az Gzemeltetés el6tt. (Lasd a beltéri egység kézikonyvében
a "Karbantartas" fejezetet.)

= Ha a kijelzén a & jel (levegBszUird tisztitdsa esedékes) jelenik meg, hivjon egy
képesitett szerel6t, hogy tisztitsa meg a szlir6ket. (Lasd a beltéri egység
kézikonyvében a "Karbantartds" fejezetet.)

= A beltéri egység és a kezel6felllet legaldbb 1 méterre legyen a televiziotdl,
radiotél és hasonlod készilékektdl. Ellenkez esetben vételi zavarokat vagy torz
képet okozhat.

= NE tegyen semmit olyat a beltéri egység ald, amit nedvességtél dvni kell.

= Ha a pdratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopoghet az egységhdl.

Ez a hdszivattyus rendszer korszer( energiatakarékossagi funkciéval rendelkezik. A
prioritasok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag helyezhet6 el6térbe.
Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis egyensulyt az adott
alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kdzott.

Tobb mintabedllitas valaszthatd, ezeket nagy vonalakban aldbb ismertetjik.
Forduljon az Gzembe helyez6h6z vagy a forgalmazdhoz tandcsért, illetve az épilet
igényeihez igazodd paraméterek bedllitasaért.

Az Gzembe helyez6 a szerelési kézikonyvben taldl részletes adatokat. Az Gzembe
helyez6 segithet az energiafelhasznalds és kényelmi funkcio legjobb egyensulyanak
meghatarozasaban.

Ebben a fejezetben

17.1  Elérhet6 f6 Gzemmodok......
17.2  ElErhetd KENYEIMi DEAITTASOK . ....ouiiiieieet ettt ettt s ettt eens 109
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17.1 Elérhet6 f6 Uzemmodok

Alap

A h(t6kozeg hémérséklete a helyzettdl figgetlenill valtozatlan marad.

Automatikus

A h(tékozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szlkséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdroz meg).

Pl. a h(tés Gzemmoddban haszndlt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony kiltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkozelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan novelni kezdi a hlit6kdzeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/f(ités) az
alapmikodéshez képest. Erzékeny Uzemmoddban a vevs kényelemérzete az
elsédleges mkodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljarasa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmad részletes ismertetéséért forduljon a forgalmazéhoz.

17.2 Elérhet6 kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez vélaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhasznalads) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének beallitdsara hasznalt fel a rendszer, mikdzben a
hlt6kozeg hémérsékletét ideiglenesen eltér6 értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

= Erés

= Gyors

= Enyhe

= Gazdasagos

RXYSCQ4~6TMV1B
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18 Karbantartas és szerelés

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mdas amperszamuval vagy valamilyen
vezetékkel. Vezeték/rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tlzet
okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgo ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a fékapcsolot és dramtalanitson is.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéddt NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sérilést okozhat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sérllést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerelGre.

> B B P

MEGJEGYZES

NE tordlje a tavirdnyitét benzines, higitds, tisztitdszeres stb. ruhavall A kijelzé
elszinezédhet vagy leoldédhat a kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jél kicsavart ruhaval. Torolje le egy masik,
szaraz ronggyal.

Ebben a fejezetben

18.1  Karbantartds hosszabb UZemMSZUNET ULEN ....c.iiiiiiiiiiecc ettt

18.2  Karbantartds hosszabb tizemsziinet el6tt..
18.3 A h(it6kozegrdl....
18.4  Ertékesités utdni szerviz és garancia..

18.4.1  Agaranciaid6tartama

18.4.2  Ajanlott karbantartas és feltlvizsgélat
18.4.3  Ajanlott karbantartasi és felulvizsgalati ciklusok

18.4.4  Leroviditett karbantartési és csereperiddusok

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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18.1 Karbantartas hosszabb UzemszUinet utan

Pl. szezon kezdetén.

= Ellendrizze, hogy szabad-e az dramldas a beltéri és a kiltéri egység
leveg6bemeneténél és -kimeneténél.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(ir6it és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
Uzembe helyez6 vagy karbantartdst végzd személlyel a légtisztitd szlrék és a
beltéri egység burkolatdnak tisztitasa érdekében. Karbantartdsi és tisztitasi
javaslatokat a megfelel beltéri egység szerelési/Uzemeltetési kézikonyvében
taldl. Ugyeljen ra, hogy a megtisztitott leveg8sz(ir6ket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

= A zokkenémentes mikodés érdekében az aramelldtast legaldabb 6 oraval a
tervezett mdkodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolds utdn azonnal megjelenik
a kezel6felllet kijelzGje.

18.2 Karbantartds hosszabb Gzemszinet el6tt

Pl. szezon végén.

= Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbelll fél napon &t csak ventildtor médban,
hogy az egységek belseje kiszaradjon. A csak ventildtor mdéddal kapcsolatos
részleteket lasd: "16.3.2  H{tés, f(tés, ventildtor és automatikus
Uzemmaodrol" [» 103].

= Kapcsolja ki a berendezést. A kezel6felllet kijelz6je eltlinik.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(irGit és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
lUzembe helyezd vagy karbantartast végzd személlyel a légtisztitd szlrdk és a
beltéri egység burkolatanak tisztitdsa érdekében. Karbantartdsi és tisztitasi
javaslatokat a megfeleld beltéri egység szerelési/lzemeltetési kézikonyvében
talal. Ugyeljen ra, hogy a megtisztitott leveg8sz(ir6ket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

18.3 A h(it6kozegrdl

A termék fluorozott, Uveghazhatasu gdzokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R410A
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabdlyok szerint az

egység hilit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékozeg GWP-
értéke x teljes hiit6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer(i klimaberendezés
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FIGYELEM
= A rendszerben haszndlt hitSkozeg biztonsdgos, és dltaldban NEM szokott

szivargas fellépni. Ha hiit6kozeg-szivargds miatt a szoba levegdjébe h(tékozeg
kertl, és az nyilt langgal vagy f(t&szallal érintkezik, akkor artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes f(it6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

18.4 Ertékesités utani szerviz és garancia

18.4.1 A garancia id6tartama

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Gzembe helyezéskor a forgalmazo
tolt ki. A kitoltott kartyat az Ggyfélnek ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

* Ha a garanciaid6 alatt valik sziikségessé a termék javitdsa, akkor forduljon a
forgalmazohoz és mutassa be a garanciakartyat.

18.4.2 Ajanlott karbantartas és felllvizsgalat

Evek alatt a hasznélat sordn a rendszerben o6hatatlanul felgytilemlik a por, és ez
valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét. Mivel a berendezések
szétszerelése és a belsejik megtisztitdsa mUszaki gyakorlatot igényel, illetve a
lehet§ legjobb szinvonall karbantartds biztositdsa érdekében javasoljuk, hogy a
szokdsos karbantartdsi mdveletek elvégeztetésén tul kosson karbantartdsi és
felllvizsgdlati szerz6dést. Forgalmazdi haldzatunk gyorsan rendelhet a raktarrél a
fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy az egység a leheté legkevesebb
Uzemszinettel mikodjon. Tovabbi informacioért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazoéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:

= Az egység teljes modellneve.

= A gydrtdsi szam (leolvashatd a berendezés adattablajardl).
= Az Uzembe helyezés datuma.

= Az Uzemzavar tlnetei, illetve a meghibasodas részletei.

FIGYELEM
= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felGjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e véletlentl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagdban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és nem
tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe keril, majd
héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével sth. Az Ujboli lizemeltetés
el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

18.4.3 Ajanlott karbantartasi és fellilvizsgalati ciklusok

Az itt megjelolt karbantartdsi és csereperiédus nem az adott alkatrész garancidlis
id6tartamat jelenti.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Alkatrész Fellilvizsgalati | Karbantartasi periédus (csere
periédus és/vagy javitas)

Elektromos motor 1év 20000 o6ra
PCB-panel 25000 dra
H6cseréld 5év

Szenzor (termisztor stb.) 5 év

Kezel6felllet és kapcsoldk 25000 dra
Csepptalca 8 év

Szabalyozdszelep 20000 ora
Szolenoid szelep 20000 dra

A tdbldzat a kdvetkez§ haszndlati korilményeket feltételezi:

= Szokdsos hasznalat, a berendezés gyakori elinditdsa és ledllitdsa nélkil. Egyes
modellek esetében ajanlatos maximum 6 alkalommal elinditani és ledllitani a

készuléket oranként.

= A berendezés feltételezett izemideje 10 6ra/nap és 2 500 ora/év.

MEGJEGYZES
® A tabldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartdsi és felllvizsgdlati

szerz8dést a részletekért.

= A tablazat az ajanlott karbantartasi periddusokat tartalmazza. Azonban annak

érdekében, hogy a klimaberendezés a

lehet6 legkevesebb Gzemszinettel
mUkaodjon, szikség lehet kordbban is karbantartdsra. Az ajanlott periddusok
segitséget nyUjtanak a karbantartasi és felllvizsgalati koltségek finanszirozasanak
a megtervezésében is. A karbantartasi és felllvizsgélati szerz6désben szerepelhet
révidebb felllvizsgalati és karbantartasi periédus, mint az itt megadott.

18.4.4 Leroviditett karbantartasi és csereperidodusok

A "karbantartdsi periédus" és a "csereperiddus" leroviditése megfontolandd az
alabbi esetekben:

Ha a berendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:

= A szokdsosnal nagyobb a hémérséklet és a paratartalom ingadozasa.

Nagy az aramingadozas (feszlltség, frekvencia, hullamalak-torzitas stb.) (A
berendezés csak a megengedett dramingadozasi tartomanyban hasznalhato.)

Nagy a razkodas és a vibracid.

Por, sO, olajos permet vagy artalmas gdzok (példdul kénessav vagy kén-
hidrogének) lehetnek a leveg&ben.

A késziléket gyakran inditjak el és allitjdk le, illetve nagyon sokaig lUzemeltetik
megallds nélkll (24 éran at klimatizalt helyek).
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18 | Karbantartds és szerelés

A fogydalkatrészek ajanlott csereperiddusa

Alkatrész Felulvizsgalat| Karbantartasi periodus (csere
i periodus és/vagy javitas)
Leveg@sz(ird 1év 5 év
Nagy hatdsfoku sz(iré 1év
Biztositék 10 év
Forgattyuhazflités 8 év

Nyomastarté alkatrészek

Ha korréziot tapasztal, keresse
fel a helyi markaképviseletet.

MEGJEGYZES
= A tdbldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartdsi és fellvizsgalati

szerz8dést a részletekért.

= A tablazat az ajanlott csereperiédusokat tartalmazza. Azonban annak érdekében,
hogy a klimaberendezés a lehetd legkevesebb lizemszinettel miikodjon, sziikség
lehet korabban is karbantartasra. Az ajanlott periddusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és felulvizsgdlati koltségek finanszirozasanak a megtervezésében is.
Ezzel kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciot.

INFORMACIO

i @

A garancia nem feltétlentl vonatkozik olyan kdrokra, amelyek abbdl adédnak, hogy

nem a forgalmazd bontotta meg a berendezést tisztitas céljabol.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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19 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez6k szerint, és értesitse a

szervizt.

A

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és
aramtalanitsa.

Ha ilyen kordlmények kozott tovabb Uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsoléd NEM mikodik

Hiba Teendé
Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.

rendesen.

Ha viz szivarog az egységhdl. Allitsa le a mikodést.

Az lzemmdd kapcsold NEM jol mikodik. Kapcsolja Kl a berendezést.
Ha a kezel&fellilet az egység szamdat mutatja, a | Ertesitse a beszerel6jét, és
mUkodésjelzé lampa villog és megjelenik egy mondja be a hibakddot.
hibakad.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelGen, és

a

fent emlitettek ki vannak zdrva, akkor az aldbbi lefrdst kovetve vizsgalja meg a

rendszert.

Hiba Teendd

Ha a rendszer egyaltalan = Ellendrizze, hogy nincs-e dramkimaradds. Varja
nem mukodik. meg, hogy Ujra legyen dram. Ha m(ikodés kozben

lép fel dramszlinet, akkor a rendszer az
aramellatds helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

= Ellen@rizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldd nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldot.

Ha a rendszer ventilator = Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
modban mikodik, de amint | levegGbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
fltés vagy hités mddba akadaly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés
valt, a rendszer ledll. j6 legyen.

Ellendrizze, hogy a kezel6felileten nem jelent-e
meg a & jel (leveg@sz(ir§ tisztitdsa esedékes).
(Lasd: "18 Karbantartas és szerelés" [» 110] és a
beltéri egység kézikonyvében a "Karbantartas"

fejezetet.)
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Hiba

Teendd6

kielégitd.

Ha a rendszer m(kodik, de |= Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
a h(ités vagy flités nem levegbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le

akadaly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés
j6 legyen.

= Ellenérizze, hogy a leveg6sz(ir6 ne legyen
eltomdédve (ldsd a beltéri egység kézikdonyvének

"Karbantartas" fejezetét.

= Ellend@rizze a h6mérséklet bedllitasat.

= Ellendrizze a ventildtorsebesség beadllitast a
kezel6fellleten.

= Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtdék vagy
ablakok. Csukja be az ajtdkat vagy ablakokat, hogy
ne jojjon be a kinti levegd.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a
szobaban h(ités kdzben. Ellendrizze, hogy nincs-e a
szobaban nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a
szobaba. Haszndljon fliggdnyt vagy redényoket.

= Ellendrizze, hogy a levegbfuvas szoge megfelels-e.

Ha a fentiek ellenérzése utdn sem lehet 6nerébd

megoldani a problémat, lépjen

kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tineteket, és mondja be az egység teljes
modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és a telepités idépontjat.

Ebben a fejezetben

19.1  Hibakddok: Attekintés
19.2 Az aldbbijelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:

mulva djraindul

Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:
Jelenség:

A rendszer nem mkodik
A ventildtor mikodése lehetséges, de a hiités és a flités nem mikodik

A ventildtorsebesség nem felel meg a bedllitdsnak. ..o
A ventilator irdnya nem felel meg a beallitasnak. ..............
Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)
Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, KUILEr €8YSEE) . .oivviiiiiiieiiiiiiieieieian

A kezel6fellleten az "U4" vagy "US" jelzés jelenik meg, és a berendezés ledll, de néhany perc

A klimaberendezések hangja (beltéri egység) ..

A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység)

A légkondicionaldk zaja (kultéri egység)...
A berendezésbdl por szall ki
Az egység kellemetlen szagot araszt
A kiltéri egység ventilatora nem forog
Akijelz6n a ,88” jelzés lathatd
A kiltéri egység kompresszora rovid flitési mlvelet utan nemall le. ............
A kiltéri egység belseje a berendezés leallasa utan meleg marad
Forrd levegd érezhet6 a beltéri egység ledllitasakor

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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19.1 Hibakddok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezel&fellletén, vegye fel a kapcsolatot
az Uzembe helyezbvel, és kozblje a hibakddot, az egység tipusat és a sorozatszamot
(ezeket az adatokat az egység adattablajan taldlhatja).

Tajékoztatasul kozoljik a hibakddok listdjat. Ha a hibakdd szintje ezt lehetévé teszi,
a kod torolhetd a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez nem lehetséges, forduljon a

belizemelShoz.

F6kéd Tartalom
Ao Kuls6 védéberendezés aktivalva
A EEPROM hiba (beltéri)
A3 Lefolydrendszer hiba (beltéri)
A& Ventilatormotor hiba (beltéri)
A7 LegyezBszarny-motor hiba (beltéri)
A9 Szabdlyozdszelep hiba (beltéri)
Ar Lefolyd hiba (beltéri egység)
AH Sz(ir6-porkamra hiba (beltéri)
A Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)
g Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kdzott (beltéri)
oo Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; folyadék)
cs Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; gaz)
£a Bejové levegl termisztora hibds (beltéri)
A Kilép& levegs termisztora hibas (beltéri)
CE Mozgdsérzékel6 vagy padlohémérséklet-érzékel6 hibas (beltéri)
g} Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
E PCB-panel hibas (kiltéri)
E3 Tulnyomads-kapcsold bekapcsolt
Eq Kisnyomasu hiba (kaltéri)
[ Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
7 Ventildtormotor hiba (kiltéri)
£q Elektronikus szabalyozészelep hibas (kiltéri egység)
F Tavozo levegd hémérséklete hibas (kiltéri)
Fy Rendellenes szivo oldali h6mérséklet (kaltéri)
FE Hdt6kozeg-tultoltés érzékelve
H3 Tulnyomads-kapcsold hiba
HY Kisnyomas-kapcsold hiba
7 Ventildtormotor probléma (kultéri)
HT Kultéri hémérséklet-érzékeld hiba (kultéri)
! Nyomasérzékeld hiba
iz Aramérzékels hiba

RXYSCQ4~6TMV1B
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4P404224-1D - 2025.11

4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

117



19 | Hibaelharitas

F6kod Tartalom
i3 Tavozo levegd hémérséklet-érzékelbje hibas (kiltéri)
4 Hdcseréld hémérséklet-érzékeldje hibas (kiltéri)
5 Szivo oldali hGmérséklet-érzékels hibas (kiltéri)
= Jégtelenité hémérséklet-érzékelje hibas (kultéri)
47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)
49 Gaz hémérséklet-érzékeldje (tulhiité HE utan) hibas (kultéri)
_A Tulnyomas-érzékeld hibas (SINPH)
aC Kisnyomads-érzékeld hibas (SINPL)
L Rendellenes INV PCB
Ly Rendellenes hitéborda-hémérséklet
L5 Inverter PCB-panel hiba
L8 Tuldram érzékelve a kompresszoron
L9 Kompresszorblokk (inditas)
L Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
P INV tapfesziltség-ingadozas
Py Borda termisztor hibds
P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)
Lo Rendellenes nyomadscsdkkenés, szabalyozdszelep hiba
Le INV tdpfesziltség-kimaradds
U3 Rendszerellenérzés még nem lett végrehajtva
Ly Beltéri/kultéri bekotés hibas
s Kezel6felUlet-beltéri egység kozott rendellenes jelatvitel
I Kaltéri/kultéri bekotés hibas
uB F6- és segéd kezel6felllet kozott rendellenes jelatvitel
g Rendszerhiba. Nem megfelel§ beltéri egységeket hasznal egytt.
Beltéri egység hiba.
LA Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas hibas
e Kozponti cimkett&zés
e Adatatviteli hiba a kdzponti vezérl§ - beltéri egység kdzott
S Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)

19.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthet6k a rendszer hibas miikodési jeleinek a kbvetkezék:

19.2.1 Jelenség: A rendszer nem mikddik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felilet BE/KI gombjanak megnyomasa
utdn. Ha a mdkodésjelz6 ldmpa vildgit, a rendszer rendesen mdkodik. A
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kompresszormotor tulterhelésének megel&zése érdekében a klimaberendezés 5
percet var a bekapcsolds utan, ha kikapcsolds utdn azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditdsndl, ha az Gzemmoddvalasztas
gombot hasznaltak.

Ha a kezel6fellleten a "kozponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és megnyomjdk az
Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelz6 néhdny masodpercig villog. A villogas
mutatja, hogy a kezel6fellletet most nem lehet hasznalni.

A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatas bekapcsoldsa utan. Varjon egy
percet, amig a mikroszamitogép lUzemkésszé valik.

19.2.2 Jelenség: A ventilator m(ikddése lehetséges, de a h(ités és a flités nem mUkodik

Bekapcsolds utan kozvetlendl. A mikroszamitégép felkészil a mikddésre és elvégzi
az adatatviteli ellenbrzést az Osszes beltéri egységgel/egységekkel. Legfeljebb
12 percet varjon, amig ez a folyamat befejez6dik.

19.2.3 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtorsebesség nem vdltozik, még a ventilatorsebességet allité gomb
megnyomasa esetén sem. Fltési Gzemmodban, amikor a helyiség hémérséklete
eléri a bedllitott hémérsékletet, a kultéri egység kikapcsol, a beltéri egység pedig
lassu ventildtorsebességre valt at. igy elkeriilhetd, hogy a hideg levegs kézvetlendil
a helyiségben tartdzkodokat érje. A gomb megnyomadsdra a ventildtor sebessége
akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység flitési izemmaddban van.

19.2.4 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtor irdanya nem felel meg a felhaszndldi fellleten jelzett irdnynak. A
ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az egységet mikroszamitégép
vezérli.

19.2.5 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas h(ités kozben. Ha egy beltéri egység belseje

nagymértékben szennyezett, akkor a hd&mérséklet eloszlasa a szobaban
egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A készilék
tisztitasaval kapcsolatos részletekért Iépjen kapcsolatba a forgalmazdéval. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

Kozvetlentl a hiités ledlldsakor, és ha a helyiség h6mérséklete és paratartalma
alacsony. llyenkor a meleg h(it6kozeggaz visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z
keletkezik.

19.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités mdd utan. A jégmentesités soran
keletkezd nedvesség elparolog és tavozik.

19.2.7 Jelenség: A kezel6fellleten az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leadll, de
néhany perc mulva Ujraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felllet egy masik elektromos berendezés zajat
érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj megzavarja a berendezések
kommunikdcidjat, és azok ledllnak. A zaj megsz(inésével a mikodés magatdl
helyredll. Az aramellatds ki- és bekapcsoldsaval torolheti ezt a hibat.

RXYSCQ4~6TMV1B
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19.2.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység)

= ZUmmogd hang hallhatd kozvetlenll dram ald helyezés utan. A beltéri egységben
az elektronikus szabalyozdszelep m(ikodni kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy
percen beldl lehalkul.

= Folyamatos halk susogd hang hallatszik, amikor a rendszer h(tési Gzemben van
vagy ledllt. Az opciondlis tartozékként haszndlt leeresztészivattyd Uzemelése
kdzben ez a zaj hallhato.

= Nyikorgd hang hallhaté, ha a rendszer lzemel, vagy a ledlldsa utdn. A
hémérsékletvaltozassal taguld vagy 6sszehizdédd mianyag alkatrészek okozzak a
hangot.

= A beltéri egység leallitdsakor halk susogd vagy surrogd hang hallatszik. Masik
beltéri egység lzemelése kdzben ez a zaj hallhatd. A maradék olaj és a h(it6kozeg
rendszerbdl valo kilritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hit6kozeg.

19.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység)

= Folyamatos mély sustorgds hallhatd, ha a rendszer h(tés vagy jégmentesités
modban van. Ez a hlt6kozeggdz hangja, ahogy a beltéri és a kiltéri egységben
aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy kozvetlenll a mikodés
vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a zaj a h(it6kozeg dramlasanak valtozasakor
vagy megallasakor keletkezik.

19.2.10 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kiltéri egység)

Amikor a mUkodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a frekvenciavaltozas okozza.

19.2.11 Jelenség: A berendezéshbdl por szall ki

Akkor fordul el§, ha a berendezést hosszabb Uzemszinet utan bekapcsoljak.
llyenkor a berendezésbe bekerllt por tdvozik.

19.2.12 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot araszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettaflst stb. szagdt, azutdn
kibocsatja.

19.2.13 Jelenség: A kultéri egység ventildtora nem forog

Uzemelés kdzben a ventildtor sebessége a rendszer optimalis mikddése érdekében
van vezérelve.

19.2.14 Jelenség: A kijelz6n a ,,88” jelzés lathatd

Ez kozvetlendl a f6kapcsold bekapcsoldsa utdn fordul eld, és a felhasznaloi feliilet
normal adllapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen &t tart.

19.2.15 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora rovid flitési mlvelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy h(tdkdzeg maradjon a kompresszorban. A
berendezés 5-10 mulva leall.

19.2.16 Jelenség: A kiltéri egység belseje a berendezés ledlldsa utdan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyushdz fltése felmelegiti a kompresszort a
kompresszor zokkenémentes induldsa érdekében.
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19.2.17 Jelenség: Forrd levegd érezhet( a beltéri egység ledllitasakor.

Tobb beltéri egység lizemel egyazon rendszeren belil. Amig egy masik berendezés
Uzemel, valamennyi h(t6kozeg még atfolyik a berendezésen.
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20 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazdhoz. A berendezések
athelyezése mszaki gyakorlatot igényel.
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21 Hulladékba helyezes

A berendezésben fluorozott szénhidrogén taldlhatd. Ha a berendezésre mar nincs
szlkség, forduljon a forgalmazdhoz. Torvény irja eld, hogy a h(it6kozeget hogyan
kell begyljteni, szallitani és drtalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Gzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozdan).

MEGJEGYZES
NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hiitékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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Ebben a fejezetben
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22.1 Eco Design kovetelmények

Az energiacimke — LOT 21 egységadat és a kultéri/beltéri egységek kombinacidja
alapjan végezze el az aldbbi |épéseket.

1 Nyissa meg az alabbi weboldalt: https://energylabel.daikin.eu/
2 Valasszon a folytatdshoz:

= A nemzetkdzi weboldal megnyitasahoz valassza a "Continue to Europe"
lehet&séget.
» Az "Other country" lehet6séggel az orszagspecifikus oldalakra jut el.

Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag" weboldalra lesz atiranyitva.

3 Az "Eco Design — Ener LOT 21" cimke alatt kattintson a "Generate your label"
pontra.
Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag (LOT 21)" weboldalra lesz atirdnyitva.

4 A megfelel6 egység valasztasahoz kovesse a weboldalon megjelené
utasitasokat.

Eredmény: A vdlasztds elvégzését kovetben a LOT 21 adatlap PDF vagy HTML
weboldal formdtumban megtekinthetd.

. INFORMACIO
l Egyéb dokumentumok (pl. kézikonyvek ...) szintén megteiknteht6k a tandcsadd
weboldalon.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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23 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.
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