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5 Installation

Forbindelse | Kabeltvaersnit | Ledninger Maksimal
kabellzengde
Router (X4A) — — 50/100 m®
lkke medfelgende kabler
Indendgrsenhe | 0,75~1,25 mm? 20 200 m
d (X3A)
Elektrisk maler | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
(X2A)
Digitale 0,75~1,5 mm? | Afheenger af 100 m
indgange (X1A) anvendelsen®

(a) Ethernetkablet, som leveres som tilbehgr, er 1 m langt. Det
er dog muligt at bruge sit eget Ethernet-kabel. Her skal der
tages hensyn til den maksimalt tilladte afstand mellem
LAN-adapteren og routeren, 50 m ved brug af CAT5e-
kabler og 100 m ved brug af CAT6-kabler.

(b) Disse ledninger SKAL vaere skaermede. Anbefalet
afisoleringsleengde: 6 mm.

(c) Disse ledninger SKAL veere skaermede. Anbefalet
afisoleringsleengde: 6 mm.

(d) Alle ledninger til X1A SKAL vaere HO5VV. Kraevet
afisoleringslaengde: 7 mm. For yderligere oplysninger, se
"4.2.4 Digitale indgange" pa side 5.

4.2.1 Router

Til forbindelse af LAN-adapteren kraever routeren en fri LAN-port.

Minimumskategorien for Ethernetkablet er Cat5e.

4.2.2 Indendegrsenhed

Stremforsyning og kommunikation med indendgrsenheden kreever,
at LAN-adapteren forbindes til indendgrsenheden med et
2-lederkabel. Der er INGEN separat stramforsyning: Adapteren far
strgm fra indendgrsenheden.

4.2.3 Elektrisk maler

X1A/N+L leverer registreringsspaending til inputkontakten pa X1A.
Registreringsspaendingen ger det muligt at registrere status (aben
eller lukket) for de digitale indgange, men den leverer IKKE strgm til
resten af LAN-adapteren PCB'et.

Segrg for, at X1A/N+L er beskyttet af en hurtigt reagerende
automatsikring (maerkestrgm 100 mA~6 A).

Resten af ledningsferingen til X1A varierer afhaengigt af Smart Grid-
lasningen. Yderligere oplysninger kan findes i "7 Smart Grid-
lgsning" pa side 11.

5 Installation

5.1 Oversigt: Installation

Installationen af LAN-adapteren bestar af falgende trin:

1 Montering af bagsiden af kabinettet pa vaeggen

2 Montering af PCB'et pa bagsiden af kabinettet

3 Tilslutning af elektriske ledninger

4 Montering af kabinettets forside pa kabinettets bagside

5.2 Montering af LAN-adapteren

5.21 Om montering af LAN-adapteren

LAN-adapteren monteres pa en veeg ved  hjelp af
monteringshullerne (A) i kabinettets bagside. Fgr du monterer
kabinettets bagside pa vaeggen, skal du fijerne nogle udstansede
huller(b)(c), afheengigt af hvordan du vil fere ledningerne og fare
dem ind i adapteren.

Du kan fgre og indsaette ledningerne fra bunden eller fra bagsiden.
Overhold fglgende regler og begraensninger:

] ) ) ] ) . Ledningsfering Muligheder og begransninger
z-in\:tlesdfrall_i’:l-iilf:)p t:;zr duf:iﬁ:d:tsm étII:areino fellzlgtrr:;li erl]gé)uklrsar?fler Ledninger fgres og indseettes fra [= KUN for overfladeledninger
9 ’ ’ Py 9 ) bunden indfgrt fra bunden.
Emne Specifikation » Ved indfering af ledninger fra
Type Impulsmaler (5 V DC- bunden, skal du ALTID lade
impulsregistrering) dem komme ind i adapteren
Muligt antal impulser = 0,1 impuls/kWh gennem hullerne i bunden af
] kabinettet (b). Det er IKKE
* 1 impuls/kWh tilladt at klemme disse
= 10 impulser/kWh ledninger mellem kabinettet og
. vaeggen eller lade dem komme
* 100 impulser/kWh ind gennem  hullerne i
= 1000 impulser/kWh bagsiden (c).
Impulsvarighed |Minimumstid 10 ms = Ledningerne til X1A og X4A
med signal SKAL fgres og indseettes fra
Minimumstid 100 ms bunden. Ledningerne til X2A
UDEN signal og X3A KAN fgres og
Malingst Ah finstallati - indseettes fra bunden (eller fra
alingstype 2nger af installationen: bagsiden).
= Enfaset vekselstremsmaler . Ved foring og indsasttelse af
= Trefaset  vekselstramsmaler ledninger fra bunden skal de
(symmetrisk belastning) ngdvendige
= Trefaset  vekselstramsmaéler EdEFantstnltngsr:)ullerfll bunden af
(asymmetrisk belastning) abinettet (b) flemes  og
erstattes med tyllerne fra
L. . tilbehgrsposen.
424 Digitale indgange
Stikket X1A er til forbindelse af LAN-adapteren til de digitale
udgange pa en solcelleinverter eller et energistyringssystem, som
ger det muligt at bruge Daikin Altherma-systemet i forskellige Smart
Grid-lgsninger.
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6 Konfiguration

2 Ga til  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ og download den nyeste LAN-
adaptersoftware (zip-fil) til rodmappen pa micro SD-kortet.

3 Udpak zip-filen i rodmappen pa micro SD-kortet.

Resultat: Der oprettes en mappe pa SD-kortet. | denne mappe
er der en softwarefil.

4 Sprg for, at streammen til LAN-adapteren er slaet FRA.
5 Seet micro SD-kortet i SD-kortabningen pa LAN-adapteren.
6 Sla stremmen til LAN-adapteren TIL.

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.

Resultat: For at gennemfgre aendringerne slar LAN-adapteren
automatisk strammen fra og til igen.

INFORMATION

Efter at strammen automatisk er blevet slaet fra og til igen,
teendes og slukkes status-LED'erne skiftevis 5 gange.
Herefter begynder den pulserende LED at blinke, hvilket
indikerer at LAN-adapteren fungerer normalt. Det kan tage
op til 30 minutter, for LAN-adapteren er synkroniseret med

6.3.1 Sadan abnes web-graensefladen til
konfiguration

Normalt burde det veere muligt at fa adgang til web-graensefladen til
konfiguration ved at browse til dens URL (http: //altherma.local). Hvis
dette IKKE er muligt, er der 2 Igsningsmuligheder.

Adgang via URL

Forudsaetning: Din computer er tilsluttet den samme router, som
LAN-adapteren er tilsluttet.

Forudsatning: Routeren understgtter DHCP.

1 I din browser skal du ga til http://altherma.local

Losning - LAN-adapterens IP-adresse

Forudsaetning: Din computer er tilsluttet det samme netveerk som
LAN-adapteren er tilsluttet.

Forudsaetning: Du har hentet LAN-adapterens IP-adresse.
1 1 din browser skal du ga til LAN-adapterens IP-adresse.

Man kan hente LAN-adapterens |IP-adresse pa forskellige mader:

Daikin Altherma-enheden. Indhentning via Instruktion
Daikin Online Controller-appen |1 | appen skal du ga il
6.2.3 For at opdatere ved hjalp af web- "Adapterinformation” > "IP-
graensefladen til konfiguration adresse’”.
2 Hent LAN-adapterens IP-
1 Ga& il  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/ adresse.

product-information/ og download den
adaptersoftware (zip-fil) til din computer.

nyeste  LAN-

Pak zip-filen ud pa skrivebordet.
Abn web-greensefladen til konfiguration.

4 Pa web-greensefladen til konfiguration skal du ga til Upload
adapter SW.

5 Folg instruktionerne vedrgrende upload, som angivet pa
webgraensefladen.

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.

Resultat: For at gennemfere eendringerne slar LAN-adapteren
automatisk stremmen fra og til igen.

INFORMATION

Efter at strammen automatisk er blevet slaet fra og til igen,
teendes og slukkes status-LED'erne skiftevis 5 gange.
Herefter begynder den pulserende LED at blinke, hvilket
indikerer at LAN-adapteren fungerer normalt. Det kan tage
op til 30 minutter, fer LAN-adapteren er synkroniseret med
Daikin Altherma-enheden.

INFORMATION

For instruktioner om, hvordan du far adgang til web-
greensefladen til konfiguration, se "6.3.1 Sadan abnes web-
greensefladen til konfiguration" pa side 10.

6.3 Web-interface til konfiguration

LAN-adapteren konfigureres i vid udstreekning via en dedikeret web-
greenseflade til konfiguration. Det giver dig mulighed for at foretage
aendringer i netveerksindstillinger, og konfigurere adapteren til brug
af systemet i Smart Grid-lgsninger. Derudover giver det dig mulighed
for at opdatere LAN-adaptersoftwaren og udfgre en fabriksnulstilling.

INFORMATION

Hvis 2 LAN-adaptere er til stede i det samme LAN-
netveerk, skal du konfigurere dem separat.

Din routers DHCP-klientliste 3 Find LAN-adapteren i
routerens DHCP-klientliste.

4  Hent LAN-adapterens IP-
adresse.

Losning - DIP-switch + fast IP-adresse

Forudsaetning: Din computer er direkte forbundet til LAN-adapteren
med et Ethernet-kabel, og er IKKE forbundet til noget netveerk (wifi,
LAN,...).

Forudsatning: Strammen til LAN-adapteren er sladet FRA.
1 Seet DIP-switch 4 i TIL-stilling.
2 Sla stremmen til LAN-adapteren TIL.
3 | din browser skal du ga til http://169.254.10.10

INFORMATION

| forbindelse med BRP069A61 betyder "strem" bade den
strom, der leveres af den indendgrs enhed, OG den
230 V AC-detektionsspzending der forsynes til X1A.

@ BEMARK

Brug passende veerktgj til at saette DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

For vyderligere oplysninger om DIP-switchen, se "6.4 DIP-
omskifter" pa side 11.
6.3.2 Netvaerksindstillinger

For at @endre netvaerksindstillingerne, skal du ga til Network settings
pa web-greensefladen til konfiguration.

For at aktivere/deaktivere DHCP

1 For at aktivere DHCP skal man vaelge Automatic.

2 For at deaktivere DHCP skal man vaelge Manually.

For at definere en statisk IP-adresse
Forudsaetning: Serg for at Manually er valgt.
1 Udfyld de gnskede netvaerksindstillinger.

Installatervejledning
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7 Smart Grid-lgsning

2 For at gennemfgre indstillingerne skal du sla strammen fra og til
igen pa adapteren.

6.3.3 Smart Grid-indstillinger

For at @endre Smart Grid-indstillingerne, skal du ga til Smart Grid pa
web-graensefladen til konfiguration.

6.3.4 Fabriksnulstilling

For at udfere en fabriksnulstilling skal du ga til Factory reset pa web-
greensefladen til konfiguration.

INFORMATION

Man kan ogsa foretage fabriksnulstilling ved hjeelp af DIP-
switchen. Instruktioner kan findes i "6.4 DIP-omskifter" pa
side 11.

For at udfere en fabriksnulstilling

1 KIlik pa nulstillingsknappen under Factory reset.

6.4 DIP-omskifter

Visse LAN-adapterfunktioner styres af DIP-switchen. Adapteren
kontrollerer KUN DIP-switchens konfiguration efter at strammen har
veeret slaet fra. For at konfigurere DIP-switchen skal du derfor sgrge
for, at stremmen til adapteren er slaet FRA.

BEMARK

Brug passende veerktgj til at saette DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

INFORMATION

| forbindelse med BRP069A61 betyder "strem" bade den
strgm, der leveres af den indendgrs enhed, OG den
230 V AC-detektionsspaending der forsynes til X1A.

Folgende funktioner styres af DIP-switchen:

DIP-omskifter
1@ Aktiver/deaktiver Smart Grid-funktionalitet.

= OFF: aktiveret (fabrikstilstand)

= ON: deaktiveret

2 Fabriksnulstilling. Ved at gennemfare
nedenstaende procedure kan du nulstille LAN-
adapteren til
standardkonfigurationsparametrene (dvs. dem,
der er angivet i web-greensefladen til
konfiguration). Fabrikstilstanden for denne pin

Funktion

DIP-omskifter

4 Aktiver/deaktiver en tilpasset statisk IP-
adresse. Som standard konfigureres IP-
indstillinger dynamisk ved hjeelp af DHCP-
protokollen. Det er dog muligt at omga denne
protokol og aktivere en brugerdefineret statisk
IP-adresse. Dette er nyttigt, hvis du IKKE kan
fa adgang til web-graensefladen til
konfiguration automatisk. Se "6.3.1 Sadan
abnes web-graensefladen til konfiguration" pa
side 10 og "Lesning - DIP-switch + fast IP-
adresse" pa side 10 for flere oplysninger.

= OFF: dynamisk IP-adresse (fabrikstilstand)
= ON: fast IP-adresse (169.254.10.10)

Bemaerkning: for at gennemfgre aendringer,
skal stremmen slas fra og til igen.

Funktion

5-8 Ekstra switches
(@) KUN understgttet af LAN-adapteren BRPO69A61.

6.5 Fjernelse

Nar du slutter LAN-adapteren til Daikin Altherma-enheden,
registrerer systemet automatisk dens tilstedevaerelse. Men nar du
fierner adapteren fra systemet efter installationen, skal du
konfigurere dette manuelt.

6.5.1 For at fjerne LAN-adapteren fra systemet

1 G& til [A.2.2] pa brugergraensefladen: Installatgrindst. >
Systemlayout > Tilbehar.

2 | listen over valgmuligheder skal du veelge LAN adapter.

Veelg "Nej'".

7 Smart Grid-lgsning

INFORMATION

Disse oplysninger geelder KUN for LAN-adapteren
BRP069A61.

LAN-adapteren muligger tilslutning af Daikin Altherma-systemet til et
solcellesystem, hvilket minimerer effekttilfgrslen til elnettet og
maksimerer egenforbruget af den strem, der genereres af
solcellerne.

Smart Grid-lgsningen stiller folgende krav til Daikin Altherma-
systemet:

er "OFF". Emne Krav
Fremgangsmade: LAN-adaptersoftware Det anbefales at man ALTID
1 SLUK for stremmen. hoI(;ietr LAt\N-adaptersoftwaren
2 Indstil kontakten til "ON". : opaateret.
3 T/END for strgmmen. Enhedens styringsmetode Daikin Altherma-enheden kan
. IKKE styres via
4 Venti15 sekunder. brugergraensefladen i LWT-
5  SLUK for stremmen. kontrol ([C-07]=0).
6  Seet kontakten tilbage til "OFF". Indstillinger for styring af = Indstilingen for styring af
7  TAND for strammen. stremforbrug strgmforbrug [A.6.3.1]
3 Ekstra switch (Tilstand) SKAL indstilles til
"Konstant" ([4-08]=1).
= Indstillingen for styring af
stremforbrug [A.6.3.2] (Type)
SKAL indstilles til
"Effekt" ([4-09]=1).
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9 Tekniske data

9 Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa regionens Daikin websted (autentificering pakraevet).

9.1 Ledningsdiagram
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A3P LAN-adapter PCB Engelsk Oversattelse
LD1~LD4 PCB LED —> **[12.2 Tilslutning ** fortseetter pa side
Q1DI # Afbryder 12 kolonne 2
SS1 (A3P) DIP-omskifter ® Flerg mullghederfor
ledningsfering
S1S # SGO kontakt Valg
S2S # SG1 kontakt -
. L . ! Ikke monteret i el-boks
S3S * Indgang til elektrisk impulsmaler ——
* R Ledningsfering afhaenger af
X*A Konnektor model
X*M Terminalraekke ] PCB
*  Tilbeher
# Medfolger ikke
Notater, der skal gennemgas, for enheden startes
Engelsk Oversaettelse
X1M Hovedterminal
X2M Ledningsfering pa stedet,
terminal til vekselstrom
X5M Ledningsfering pa stedet,
terminal til jeevnstrem
. Jordforbindelse
15 Ledning nummer 15
------- Medfalger ikke
Installatarvejledning DAIKIN BRP069A61+BRP069A62
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