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Procédure d'installation de la télécommande

●● N'effectuez pas le câblage à proximité d'une ligne d'alimentation électrique afin d'éviter 
tout bruit électrique (bruit externe). 

●● Scellez soigneusement le port d'introduction du câblage avec du mastic (non fourni) afin 
d'empêcher les insectes ou autres d'y pénétrer.

ATTENTION

3-5	Fixez le boîtier inférieur.
Si vous passez le câblage de la télécommande par la sortie supérieure centrale ou la sortie 
arrière, passez les câbles par le trou de sortie du boîtier inférieur avant d'installer ce dernier sur 
le mur.

3-5-1	Fixation murale
Fixez bien en utilisant les vis à bois incluses (2×).

Vis à bois
(Ø4,0x30)

3-5-2	Fixation sur le coffret électrique
Fixez bien en utilisant les petites vis incluses (2×).

(Espacement d'installation)

46

84

Coffret électrique pour deux 
unités (sans couvercle) 

Coffret électrique
(non fourni)
(Utilisez l'accessoire 
en option KJB211A)

Petites vis (M4×16)
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Procédure d'installation de la télécommande

(Espacement d'installation)

28

84

Coffret électrique pour une 
unité (sans couvercle) 

Petites vis (M4×16)

Coffret électrique
(non fourni)
(Utilisez l'accessoire 
en option KJB111A)

●● Choisissez une surface d'installation plate si possible. 
●● Ne serrez pas trop les vis d'installation afin de ne pas déformer le boîtier inférieur. 

ATTENTION

3-6	Fixez le boîtier supérieur. 
●● Alignez le boîtier supérieur avec les languettes du boîtier inférieur (6 points), puis insérez 

le boîtier supérieur.
●● Attention à ne pas coincer les câbles lors de la fixation de la partie supérieure.
●● Retirez le film de protection fixé sur le boîtier supérieur.

3-7	Retirez le boîtier supérieur. 
Insérez un tournevis plat dans les fentes situées sur le boîtier inférieur (2 emplacements) pour 
retirer le boîtier supérieur.

●● La carte de circuit imprimé de la 
télécommande est installée sur le boîtier 
supérieur. Veillez à ne pas endommager la 
carte avec le tournevis plat.

●● Veillez à ce que la poussière ou l'humidité 
n'affectent pas la CCI du boîtier supérieur 
retiré.

REMARQUE

Insérez le tournevis et 
tournez-le lentement pour 
retirer le boîtier supérieur. 

Tournevis

Boîtier 
inférieur

Boîtier 
supérieur
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Fonctions et éléments de menu des boutons de la télécommande

4. Fonctions et éléments de menu des 
boutons de la télécommande

4-1	Fonctions et éléments de menu
(1) �Bouton de sélection du mode de 

fonctionnement
(11) �Affichage à cristaux liquides 

(avec rétroéclairage)

(4) Bouton Haut
(5) Bouton Bas
(6) Bouton Droite
(7) Bouton gauche

(9) Témoin de fonctionnement

(8) Bouton Marche/Arrêt

(10) Bouton Annuler

(2) �Bouton de vitesse du ventilateur/de 
direction du flux d'air

(3) Bouton Menu/Entrer

(1)	 Bouton de sélection du mode 
de fonctionnement

●● Appuyez sur ce bouton pour sélectionner 
votre mode de fonctionnement préféré.

●● Les modes disponibles varient selon les 
modèles connectés.

(2)	 Bouton de vitesse du ventilateur/
de direction du flux d'air

●● Ce bouton est utilisé pour changer la vitesse 
du ventilateur et le sens du flux d'air.

●● Les vitesses de ventilation disponibles 
varient selon les modèles connectés.

(3)	 Bouton Menu/Entrer
●● Utilisée pour afficher le menu principal ou 
pour valider l'élément sélectionné. (Pour les 
détails concernant le menu principal, 
reportez-vous au manuel d'utilisation.) 

Menu principal*

Fonction blocage**
Rotation**
Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

* �Les éléments de menu disponibles varient 
selon le modèle connecté.

**�Fonction blocage et Rotation sont des 
éléments de menu cachés. Pour connaître la 
manière de les afficher, reportez-vous aux 
chapitres 14, 15, 16, et 17.
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Méthode d'enregistrement du contact de dépannage

9. Méthode d'enregistrement du contact 
de dépannage

●● Enregistrement du contact de service.

<Écran de base>

9-1	 Sur l'écran de base, appuyez sur le 
bouton Annuler et maintenez-le enfoncé 
pendant au moins 4 secondes. Le menu 
des réglages locaux s'affiche. 

9-1
Fr Regl t°

28°C

<Réglages locaux>

Appuyez sur le bouton 
Annuler et maintenez-le 

enfoncé pendant au moins 
4 secondes pendant que 

le rétroéclairage est 
allumé. 

9-2	 Sélectionnez  Contact Dépannage  
et appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran "Contact Dépannage" s'affiche.

9-2 1/3
Test fonctionnement
Contact Dépannage
Liste des réglages locaux
Demande
Différentiel min consignes
Interverr. entrée externe

Réglages locaux

Réglageretour
Appuyez sur le bouton 

Menu/Entrer.

9-3	 Sélectionnez  Contact Dépannage  
et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

9-3
Auncun
Contact Dépannage

Contact Depannage

Reglageretour

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

9-4	 Saisissez le numéro de téléphone 
à l'aide des boutons  (haut/bas). 
Utilisez les boutons   (gauche/
droite) pour mettre en surbrillance 
l'élément précédent/suivant. Les 
éléments vierges doivent être laissés 
avec un " - ".

9-5	 Appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran de confirmation de réglage 
s'affiche.

9-4
9-5

0123–456–7890–––

Contact Dépannage

Reglageretour

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

9-6	 Sélectionnez  Oui  et appuyez sur le 
bouton Menu/Entrer. Les réglages sont 
saisis et le menu des réglages locaux 
s'affiche de nouveau.

9-6

NonOui

Contact Dépannage

Sauvegarder le réglage?

Reglageretour

<Réglages locaux>

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

9-7	 Appuyez une fois sur le bouton Annuler.  
L'écran de base s'affiche de nouveau.
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Confirmation des détails enregistrés

10. Confirmation des détails enregistrés
<Écran de base>

10-1	 Appuyez sur le bouton Menu/Entrer 
sur l'écran de base. Le menu 
principal s'affiche.

10-1
Fr Regl t°

28°C

<Menu principal>

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

10-2	 Sélectionnez  
 Contact servce/Info modèle  
et appuyez sur le bouton Menu/
Entrer. L'écran des informations de 
dépannage s'affiche.

10-2

Reglageretour

Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

2/2Menu principal

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

10-3	 Vérifiez que les informations ont été 
saisies correctement.

10-3
Contact informations
0123–4567–8900

Nom unité int–––/000
Nom groupe ext–––/000

Contact servce/Info modèle

retour

10-4	 Appuyez deux fois sur le bouton 
Annuler.  
L'écran de base s'affiche de nouveau.

Les détails 
enregistrés 
s'affichent.
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Commande de demande d'énergie

11. Commande de demande d'énergie
●● La fonction Demande vous permet de définir une période de temps pendant laquelle le système va 

consommer moins d'énergie. La consommation électrique maximum peut être réduite de 70% ou 40%.

<Écran de base>
11-1	 Appuyez sur le bouton Annuler 

et maintenez-le enfoncé pendant 
au moins 4 secondes. Le menu 
des réglages locaux s'affiche.

11-1
Fr Regl t°

28°C

<Réglages locaux>

Appuyez sur le bouton 
Annuler et maintenez-le 

enfoncé pendant au moins 
4 secondes pendant que 

le rétroéclairage est 
allumé. 

11-2	 Sélectionnez  Demande  et appuyez 
sur le bouton Menu/Entrer. Le menu 
Demande s'affiche.

11-2

Réglageretour

Test fonctionnement
Contact Dépannage
Liste des réglages locaux
Demande
Différentiel min consignes
Adresse ACNSS Groupe

2/3Réglages locaux

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

11-3	 Sélectionnez  Réglages  et appuyez 
sur le bouton Menu/Entrer. L'écran 
"Demande" s'affiche.

11-3

Réglageretour

Activer/désactiver
Réglages

Demande

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

11-4	 Appuyez sur les  boutons (haut/
bas) pour effectuer les changements 
dans les réglages. Appuyez sur les 
boutons   (gauche/droite) pour 
déplacer l'élément en surbrillance. 

11-5	 Appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran de confirmation s'affiche.

11-4
11-5

Réglageretour

Fonctions pratiques

Le système va fonctionner avec une 
consommation d'électricitéde 40% 
de 

22:00
 à 

8:00

Demande

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

11-6	 Sélectionnez  Oui  et appuyez sur 
le bouton Menu/Entrer. Les réglages 
sont saisis et l'écran de base apparaît 
de nouveau.

11-6

NonOui

Demande
Sauvegarde des données?

Réglageretour

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

11-7	 Pour activer/désactiver la fonction 
Demande, allez sur le menu 
Demande et sélectionnez  
 Activer/désactiver 

11-7

Réglageretour

Activer/désactiver
Réglages

Demande

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.
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Mode interdiction

●● Si vous souhaitez limiter le nombre de fonctions à utiliser sur la télécommande secondaire, 
commencez par la connecter uniquement à l'unité. Veillez d'abord à ce que cette 
télécommande soit réglée en tant que commande principale (réglage d'usine par défaut), 
modifiez les limitations à votre guise, puis réglez la télécommande en tant que commande 
secondaire.

●● Lorsqu'une fonction est bloquée, l'icône  s'affiche en regard de celle-ci.

REMARQUE

16. Mode interdiction
●● Limitation du nombre de modes pouvant être utilisés.

<Écran de base>
16-1	 Appuyez sur le bouton Menu/Entrer 

sur l'écran de base. Le menu 
principal s'affiche. 

16-1
Fr Regl t°

28°C

<Menu principal>

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

16-2	  Fonction blocage  pour accéder 
à cette fonction, appuyez sur le 
bouton Menu/Entrer pendant 
4 secondes.

16-2

Reglageretour

Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge

1/2Menu principal

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer pendant 

4 secondes.

16-3	 Sélectionnez  Fonction blocage  
et appuyez sur le bouton Menu/
Entrer. Le menu "Fonction blocage" 
s'affiche.

16-3

Réglageretour

Fonction blocage
Rotation
Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
Départ rapide
Ventilation

1/3Menu principal

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

16-4	 Sélectionnez  Mode interdiction  
et appuyez sur le bouton Menu/
Entrer. L'écran Mode interdiction 
s'affiche.

16-4

Reglageretour

Boutons bloqués
Fonctions bloquées
Mode interdiction

Fonction blocage

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.
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Mode interdiction

16-5	 Sélectionnez "Type vent", "Froid", 
"Chaud", "Auto", "Déshu" ou "Vent 
sain" à l'aide des boutons    
(gauche/droite) et activez ou 
désactivez (dispo/indispo) le mode 
sélectionné à l'aide des boutons  
(haut/bas).

16-6	 Appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran de confirmation s'affiche.

16-5
16-6

Reglageretour

Type vent
Froid
Chaud
Auto
Déshu
Vent sain

:Dispo
:Dispo
:Dispo
:Dispo
:Dispo
:Dispo

Mode interdiction

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

16-7	 Sélectionnez  Oui  et appuyez sur 
le bouton Menu/Entrer. Les réglages 
sont confirmés et l'écran de base 
apparaît de nouveau.

16-7

Reglageretour

Sauvegarder le réglage?
Mode interdiction

NonOui

<Écran de base>

Appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

●● Si le mode actuellement activé est bloqué, il reste actif même lorsque l'écran de base s'affiche. 
C'est seulement lorsque le mode est modifié que le mode désactivé n'est plus disponible. 
Si tous les modes sont bloqués, il n'est pas possible de changer de mode.

●● Si vous souhaitez limiter le nombre de modes à utiliser sur la télécommande secondaire, 
commencez par la connecter uniquement à l'unité. Veillez d'abord à ce que cette 
télécommande soit réglée en tant que commande principale (réglage d'usine par défaut), 
modifiez les limitations à votre guise, puis réglez la télécommande en tant que commande 
secondaire.

REMARQUE
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Rotation de service et appoint

17. Rotation de service et appoint
La fonction Rotation a été développée pour des unités qui fonctionnent dans des applications critiques 
(par exemple, des salles de serveurs qui nécessitent un refroidissement important). Dans ce cas, le système 
est équipé d'une unité d'appoint supplémentaire. L'activation de la fonction Rotation permet donc:

●● La rotation: le système étant équipé d'un nombre d'unités plus important que nécessaire pour assurer 
la demande en chauffage/refroidissement, l'une des unités va rester inactive pendant le fonctionnement 
normal. Au bout d'un laps de temps déterminé (c'est-à-dire, la "Durée cycle rotation"), l'unité inactive va 
démarrer et l'une des unités qui était précédemment active va devenir inactive (rotation de service). Ainsi, 
comme les unités ne fonctionnent pas en continu, la durée de vie du système s'en trouve allongée.

●● L'appoint: la mise à disposition d'une unité d'appoint permet la redondance supplémentaire du système. 
Si une unité active passe en mode erreur, la fonction Rotation permet de s'assurer qu'une unité inactive 
va prendre sa place.

APPOINT

APPOINT

APPOINT

ERREUR

●● Pour permettre à l'unité d'appoint d'atteindre sa capacité de refroidissement/chauffage, une période 
de chevauchement, pendant laquelle toutes les unités sont actives, est prévue. (reportez-vous à la liste 
des réglages locaux 1E-7)

●● L'ordre de rotation dépend du nombre d'unités défini. Pour savoir comment modifier le nombre d'unités, 
contactez votre revendeur local.

●● La commande groupée est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction Rotation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section "22. Schéma de connexion"

REMARQUE
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Fonction d'interverrouillage de l'entrée externe

Exemple 1

Temps 
<  

Minuterie de 
réinitialisation

Temps 
>  

Minuterie de 
réinitialisation

c)

Le temps 
ne compte 

pas.

d)

Pas de mise à 
jour du statut 

précédent

Retour au 
statut 

précédent:  
avant a)Statut 

précédent:
avant a)

c)

Le temps 
ne compte 

pas.

d)

Mise à jour 
du statut 

précédent

Retour au 
statut 

précédent:  
statut 

"Réglage de 
réinitialisation 

par défaut"

Statut 
précédent:

statut 
"Réglage de 

réinitialisation 
par défaut"

a)

Temps 
< 

Temporisateur

b)

Démarrage du 
temporisateur

Arrêt forcé

Statut 
précédent: 

avant a)

Statut 
précédent: 

avant a)
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Fonction d'interverrouillage de l'entrée externe

Exemple 2

Temps 
< 

Tempori-
sateur

Temporisateur 
< 

Temps 
< 

Minuterie de 
réinitialisation

a)

Le 
temps 

ne 
compte 

pas.

b)

Arrêt forcé Démarrage du 
temporisateur

Statut 
précédent: 

avant a)

Statut 
précédent: 

avant a)

c)

Veille 
autorisée, 

démarrage de 
la minuterie de 
réinitialisation

Statut 
précédent:
avant a)

c)

Temps 
= 

Minuterie de 
réinitialisation

d) e)

Veille 
autorisée, 

poursuite de 
la minuterie de 
réinitialisation

Mise à jour 
du statut 

précédent

Retour au 
statut 

précédent: 
"Réglage de 

réinitialisation 
par défaut"

Statut 
précédent: 

avant a)

Statut 
précédent: 

"Réglage de 
réinitialisation 
par défaut"

e)

Retour au 
statut 

précédent: 
avant a)

Temps < 
Minuterie de 
réinitialisation

Temps < 
Minuterie de 
réinitialisation

Temps = 
Minuterie de 
réinitialisation
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