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1 Uldised ettevaatusabinoud

Enne O&hukonditsioneeri paigaldamist lugege need Uldised
ohuhoiatused hoolikalt 1abi ja veenduge, et paigaldamine toimub
nduetekohaselt.

Nende juhiste eiramine vdib pdhjustada varakahju voi kehavigastusi,
mis voivad olla soltuvalt asjaoludest vaga rasked.

Hoiatuste ja siimbolite tdhendus

Neid ohutussénumeid kasutatakse teie tédhelepanu saavutamiseks.
Ohutussdénumite tdhendusi on selgitatud jargnevalt.

A HOIATUS

See slimbol tahistab olukorda, mis véib I6ppeda kas surma
vOi vigastusega.

A ETTEVAATUST

See stimbol tahistab olukorda, mis vdib I6ppeda kerge voi
keskmise vigastusega.

A OHT

See slUmbol tahistab olukorda, mis |6peb surma voi

9.5.1 Ettevaatusabindud kasutajaliidese avamisel 10 !
9.5.2  Kasutajaliidese avamine 11 vigastusega.
10 Siisteemi kaivitamine 11 OHT: PLAHVATUSE OHT
11 Kasutusliides: iilevaade 11 See slmbol tahistab olukorda, mis voib I6ppeda
plahvatusega.
T NUPUG e 11
11,2 AVAKUVA .. 11
11.3  Seadme olekut naitavad ikoonid ...........cccceerviiieiniiiiieniee 12
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2 Info kaesoleva dokumendi kohta

TEAVITUSTOO

See slimbol tahistab kasulikke nduandeid vai lisainfot.

@ MARKUS

See slimbol tahistab olukorda, mis vdib Idppeda varustuse
vdi vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele

TEAVITUSTOO

Vaadake Ule ka valisseadme ja siseseadme komplektides
olevad paigaldusjuhendid.

A HOIATUS

ARGE mangige seadme véi selle kasutajaliidesega. Kui
laps seadet kogemata kasutab, voib see kahjustada
kehafunktsioone ja tervist.

A HOIATUS

Elektril6gi voi tulekahju ennetamiseks:
= ARGE kasutage kasutajalidest margade kétega.

= ARGE vétke kasutajaliidest lahti ja puudutage sisemisi
osi. Votke Uhendust edasimiijaga.

= ARGE muutke ega parandage kasutajaliidest. Vatke
Uhendust edasimuujaga.

= ARGE paigutage ega paigaldage kasutajaliidest ise
Umber. Votke Uhendust edasimuijaga.

A HOIATUS

ARGE kasutage tuleohtlikke materjale (nt juukselakki voi
putukamurki) kasutajaliidese laheduses.

MARKUS

Kasutajaliidese puhastamiseks ARGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, naiteks varvi lahjendajat. Voimalik tagajarg:
kahjustused, elektril6dk voi tulekahju.

1.2 Juhised paigaldajale

Selle dokumendi kaanelehel naidatud sdnumid on suure tahtsusega,
seega jargige nende ndudmisi tapselt.

TEAVITUSTOO

See kasutajalides on valikuline lisa ja seda ei saa
kasutada eraldi. Seda saab kasutada AINULT koos
pdhikasutajaliidesega. Vaadake ka sise- ja valisseadmete
paigaldus- ja kasutusjuhendit.

MARKUS

Seadmete voi lisatarvikute vale paigaldamine voi
Uhendamine voib pdhjustada elektrildoki, lihise, lekkeid,
tulekahju voi kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud voi kinnitanud Daikin.

A HOIATUS

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada padev
elektrik ja sealjuures TULEB jargida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

@ MARKUS

Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

@ MARKUS

Kui kasutajaliidest kasutatakse ruumitermostaadina, valige
paigalduskoht, kus on vdimalik tuvastada ruumi keskmist
temperatuuri.

ARGE paigaldage kasutajaliidest jargmistesse asukohtadesse:
= otsese paikesevalguse katte,
= kitteallika Iahedusse,

= valisdhu poolt tekitatud tuuletdbmbusega kohtadesse voi nt sinna,
kus tekib tuuletdmbus uste avamisest/sulgemisest,

= kohtadesse, kus naidiku ekraan kiiresti mustub,

= kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepaasetavad,

= kohtadesse, kus temperatuur on <—10°C vdi >50°C.
= kohtadesse, kus suhteline niiskus on >95%,

= Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlaineid.
Elektromagnetlained vdivad hairida juhtsusteemi ja pdhjustada
seadme talitlushaireid.

= kohtadesse, kus voib esineda veepritsmeid vi on niiske.

Kui te El ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada voi kasutada,
pidage néu edasimuujaga.

Parast paigaldamist:
= Viige vigade tuvastamiseks labi proovikaitus.
= Selgitage kasutajale, kuidas kasutajaliidest kasutada.

= Paluge kasutajal sailitada juhend edaspidiseks kasutamiseks.

TEAVITUSTOO

Konsulteerige oma edasimiijaga seoses kasutajaliidese
Umberpaigutamise ja uuesti paigaldamisega.

2 Info kdesoleva dokumendi
kohta

Sihtriihm
Volitatud paigaldajad ja Idppkasutajad
Juhendikomplekt

Kéesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
koosneb:

= Paigaldus- ja kasutusjuhend:
= Paigaldusjuhised
= Pohilised todjuhised
= Formaat: paber (kasutajaliidese karbis)
= Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:
= Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta

= Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
= Vastavusdeklaratsioon:
= Kaesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et raadioseadme

tilp BRC1HHDA vastab direktiivile 2014/53/EL. Esialgne
vastavusdeklaratsioon on kattesaadav BRC1HHDA
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3 Kasutusliides: lilevaade

tootelehekiilgedel https://gr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW, https://
gr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS ja https://qr.daikin.eu/?
N=BRC1HHDK.

= Formaat: Digitaalne fail tootelehekulgedelt

Kasutajale
3 Kasutusliides: ulevaade
3.1 Nupud

~——

|
c b d

[V

O sisSENVALIA

= Kui ruumide kitmine/jahutamine ja/vdi sooja tarbevee
kasutamine on VALJAS, vajutage see SISSE.

= Kui ruumide kitmine/jahutamine ja/vdi sooja tarbevee
kasutamine on SEES, vajutage see VALJA.

b @TSUKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA
= Avakuval vajutage luhidalt nupule, et Iabida t66kuvad.
= Avakuval vajutage pikalt nupule, et likuda peamentusse.
= Vajutage peamenlls luhidalt nupule, et siseneda Uhte
menuddest.
= Aktiveerige/kinnitage vastavas menuus funktsioon, vaartus
vOi sate.
c =AKTIVEERI/TSUKKEL/REGULEERI
= Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sattepunkti kuva.
= Peamenduus liikuge vasakule.
= Kohandage vastavas menuus/tédkuval
vaartust voi satet (vaikimisi: vahendamine).

AKTIVEERI/TSUKKEL/REGULEERI

funktsiooni,

o

¥ (BRC1HHDAK)

Dokumentide uusimad versioonid vdite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt vbi saada seadme edasimudjalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Koik teised keeled on tolked.

Tehnilised andmed

= Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav).

= Varskeim tehniliste andmete tdielik kogum on saadaval Daikin
suhtevdrgus (vajalik autentimine).

= Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sattepunkti kuva.

= Peamenldus liikuge paremale.

= Kohandage vastavas menuus/tédkuval
vaartust voi satet (vaikimisi: suurendamine).

funktsiooni,

3.2 Avakuva

Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave
olekuikoonide kaudu. Péarast moningast tegevusetust naaseb
kasutajaliides alati avakuvale.

TEAVITUSTOO

Kasutajaliides on varustatud energiasaastufunktsiooniga,
mis pdhjustab ekraani pimenemise péarast tegevusetuse
perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage Uhte nuppudest.

3.3 Seadme olekut naitavad ikoonid

lkoon Kirjeldus

Siisteemi té6tamine VALJAS. Naitab, et ruumide
OFF kitmine/jahutamine ja/voi sooja tarbevee kasutamine
on VALJAS.

Bluetooth." Naitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et
kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.
M Kiittereziim. Naitab, et slisteem to6tab kitte
Ny |[tdoreziimis.

Jahutusreziim. Naitab, et slisteem to6tab jahutamise

toéoreziimis.

Funktsioon VOIMAS. Naitab, et funktsioon VOIMAS
‘ on aktiivne.

(™ Sénaline kaubamérk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamargid, mis kuuluvad ettevéttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid
kaubamarke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. K&ik muud kaubaméargid ja arinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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4 Tootab

lkoon

Kirjeldus

on aktiivne.

Hadaolukorrareziim. Naitab, et hadaolukorrareziim

&

Torge. Naitab, et iimnes torge.

TEAVITUSTOO

Kui kasutajaliides annab marku hadaolukorrareziimist voi
torkest, vaadake pohikasutajaliidest, et ndha, mis on

valesti.

34 Olekunaitur

a
a Olekunaidik
Olekunaidiku kditumine Tingimus
Pusivalt sinine Tootamine SEES
= Seade tootab (st tegelikult

kitab/jahutab ruumi véi toodab
sooja tarbevett)

VALJAS

Tootamine VALJAS

= Seade on ootereziimil (st sisse
ltlitatud, kuid mitte t60s)

» Seade on VALJAS

Vilkuv punane

Siisteemiviga

Pidev punane

Sulsteemitdrge

TEAVITUSTOO

Olekunaidiku kaitumine on erinev, kui 66reziim on aktiivne.
Lisateavet vaadake jactisest "13.2.4 Oéreziim" [ 16].

TEAVITUSTOO

Slsteemivigade korral vilgub olekunaidik punaselt. Niipea,
kui vajutate ménda nuppu, lulitub olekunaidik Ule "pidevale

punasele”.

Kirjeldus

Toatemperatuur. Vaadake
tegelikku toatemperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) toatemperatuurile.

Sooja tarbevee temperatuur.
Vaadake tegelikku sooja
tarbevee temperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) sooja tarbevee
temperatuurile (st paagi
soojendamine).

Funktsioon VOIMAS.
Aktiveerige funktsioon VOIMAS
vOi lulitage see valja (st paagi
kiire soojendamine).

4.1.2

Peameniii

Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peameniusse. Kasutage menuude vahel liikumiseks nuppe =ja

. Vajutage uuesti @ et siseneda uhte menuldest.

Meniiii

Kirjeldus

Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.

4 Tootab

4.1 Pohikasutus

411 Toéokuvad

Avakuval vajutage @ (luhidalt), et liikuda Ghelt té6kuvalt teisele.

Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata valja
Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Tagasi. Naaske avakuvale.

Satted. Seadistage kasutajaliidese satted.

Ruumi téoreziim. Seadistada ruumi téoreziim.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK

Kasutajaliides
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4 Tootab

4.2 Ruumi kiitte/jahutuse
reguleerimine

4.21 Info ruumikiitte/-jahutuse reguleerimise
kohta

Ruumi kitte/jahutuse reguleerimine hdlmab:

= Toatemperatuuri reguleerimine;

= Ruumi téoreziimi seadistamine.

Toatemperatuur

Toatemperatuuri  reguleerimine  toimub  avakuvalt.  Avakuval
kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida méddab kasutajaliidesesse
paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise
kohta vaadake jaotisest "4.2.3 Toatemperatuuri muutmine" [» 7].

Toatemperatuuri reguleerimise viis soltuv temperatuuri reguleerimise
meetodist, mis on maaratud pdhikasutajaliideses.

TEAVITUSTOO

Kui kasutajaliidese sees olev temperatuuriandur on katki,
esineb suUsteemis viga ja tdokuval kuvatakse tegeliku
temperatuuri asemel "--".

Ruumi to66reziim
Ruumi téoreziimid valitakse ruumi téoreziimi mentlst. Stusteem voib
to6tada jargmistes tooreziimides:

lkoon Tooreziim

:\".'/: Kiitmine. Kitta ruumi.
iy

Pohikasutajaliidese
temperatuuri reguleerimise
meetod

Toatemperatuuri regulaator

Jahutamine. Jahutada ruumi.

Ruumi termostaadi regulaator Muutke tegelikku
toatemperatuuri, suurendades
vOi vdhendades soovitud

toatemperatuuri vaartust.

205,

Automaatne. Automaatne tleminek kitmise ja
jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri

EE3

sattepunktile.

Soltuvalt siseseadme tllbist ja/vdi pohikasutusliideses tehtud
seadistustest on voimalik, et moéned tdoreziimid ei ole
kattesaadavad.

Kui... Siis...

Valjuva vee temperatuuri
reguleerimine (fikseeritud)

Muutke toatemperatuuri,
suurendades voi vahendades
véljamineva vee temperatuuri (st
soojussOlmedesse saadetava
vee temperatuuri).

34:

Kasutajaliidest kasutatakse koos |Ruumi tédreziimi mentl puudub
ainult kittega siseruumide peamenius.
seadmetega

Saate valida ainult kitte- voi
jahutusreziimi.

Automaatne t6oreziim on
pohikasutajaliidesel
kattesaamatuks tehtud

Valjuva vee temperatuuri
reguleerimine (ilmast soltuv)

Muutke toatemperatuuri,
alandades voi tostes
ilmastikutingimustest séltuvat
kdverat, mis on kasutajaliideses
kujutatud nihke vaartusega.

+

Ukski eespool nimetatud Saate valida kéik tooreziimid.

tingimustest ei ole tdene

TEAVITUSTOO

Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta
leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

4.2.2 Ruumi kiitmis-/jahutusreziimi lilitamiseks
SISSE/VALJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.

1 vajutage nuppu o.

Tulemus: Kasutajaliides lllitab ruumi kitmis-/jahutusreziimi SISSE
voi VALJA, séltuvalt eelnevast olekust.

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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4 Tootab

TEAVITUSTOO

Tooreziimi oleku VALJAS néitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

OFF

4.2.3 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage BH voi = et aktiveerida sattepunkti kuva.

205,

2 Kasutage ja = et sattepunkti muuta.

22 5

3 Vajutage @ et sattepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTOO

Kui tdéreziim on VALJAS, et vdimalda kasutajaliides teha
sattepunkti muudatusi.

TEAVITUSTOO

Soltuvalt pohikasutajaliidese satetest ei pruugi sattepunkti
muutmine olla voimalik. Sellisel juhul on VoI
vajutamine  toatemperatuuri  vdi  sooja  tarbevee
temperatuuri tdokuval asjatu.

TEAVITUSTOO

Toatemperatuuri reguleerimise viis soltuv temperatuuri
reguleerimise meetodist, mis on maaratud
pbhikasutajaliideses.  Lisateavet vaadake jaotisest
"4.2.1 Info ruumikitte/-jahutuse reguleerimise kohta" [» 6].

4.2.4 Ruumi tooreziimi muutmine

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenduusse.

3 Vajutage @ et siseneda menuisse.

4 Kasutage = ja , et valida ruumi té6reziim, ja vajutage @ et
see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

4.3 Sooja tarbevee reguleerimine

4.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta

Sooja tarbevee regulaator hdimab:
= Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine;

= Funktsioon VOIMAS aktiveerimine véi valjaliilitamine.

Sooja tarbevee temperatuur

Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja
tarbevee temperatuuri saab suurendada voi vahendada.

TEAVITUSTOO

Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki,
esineb suUsteemis viga ja tdokuval kuvatakse tegeliku
veetemperatuuri asemel "--".

Funktsioon VOIMAS

Funktsioon VOIMAS véimaldab soojendada sooja tarbevett
varukutteseadmega vdi  kiirkitjaga, soltuvalt siseseadmest.
Kasutage seda reziimi nendel paevadel, kui sooja vee tarbimine on
tavaparasest suurem.

4.3.2 Sooja tarbevee reziimi SISSE/VALJA
liilitamine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda sooja tarbevee téokuvale.

2 vajutage nuppu d)

Tulemus: Kasutajaliides lilitab sooja tarbevee reZiimi SISSE voi
VALJA, soltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTOO

Tooreziimi oleku VALJAS naitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

OFF

4.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda sooja tarbevee téokuvale.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
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5 Hooldus ja teenindus

2 Vajutage H voi = et aktiveerida sattepunkti kuva.

50

3 Kasutage ja = et sattepunkti muuta.

03+

4 Vajutage @ et sattepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja
tarbevee kasutamise kuvale.

TEAVITUSTOO

Kui tddreziim on VALJAS, et véimalda kasutajaliides teha
sattepunkti muudatusi.

TEAVITUSTOO

Séltuvalt péhikasutajaliidese satetest ei pruugi sattepunkti
muutmine olla véimalik. Sellisel juhul on VoI
vajutamine  toatemperatuuri v6i  sooja  tarbevee
temperatuuri tddkuval asjatu.

4.3.4 Sooja tarbevee voimsa reziimi kasutamine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda funktsiooni VOIMAS kuvale.

2 Funktsiooni VOIMAS aktiveerimiseks kasutage ja = et
valida "Aktiveeri".

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

71 Kasutajaliidese lahtipakkimine
1 Avage karp.

2 Eraldage lisaseadised.

3 Funktsiooni VOIMAS véljalilitamiseks kasutage ja = et
valida "Lulita valja".

4 Vajutage @ et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTOO

Selleks, et naidata, et funktsioon VOIMAS on aktiivne,
kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil
ikooni VOIMAS.

TEAVITUSTOO

Taiendavat teavet funktsiooni VOIMAS kohta leiate
seadme paigaldaja  kasutusjuhendist ja kasutaja
kasutusjuhendist.

5 Hooldus ja teenindus

5.1 Ulevaade: Hooldamine ja
teenindamine

Kui kasutajaliides vajab hooldust v6i remonti, pé6rduge edasimuuja
poole.

6 Veatuvastus

6.1 Ulevaade: Rikkeotsing

Kui slisteemis on viga, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal
kuvab péhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nagemiseks kontrollige
pdhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tdhendusest
leiate siseseadme dokumentatsioonist. Vea kdrvaldamiseks
pdoérduge oma edasimudja poole.

5
¥

a Paigaldus- ja kasutusjuhend
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8 Ettevalmistus

b Puidukruvid+tiiblid (@4,0%30)

8 Ettevalmistus

8.1 Elektrijuhtmestiku néuded

Elektrijuhtmestik peab vastama jargmistele nduetele.

Juhtmete andmed Noéuded

Taup Vinudlisolatsiooniga juhe voi
kaabel (2 juhtmesoont)

Ristlige 0,75~1,25 mm?

Maksimaalpikkus 500 m

8.1.1 Elektrijuhtmestiku paigaldamiseks tehke
jargmist
1 Eemaldage isolatsioon kaabli otsalt, mis tuleb juhtpuldi

tagumisest korpusest (L) labi juhtida, juhinduge joonisest ja
tabeli nduetest.

2 Kahe juhtmesoone otste pikkused peavad erinema 10 mm

vorra.
10mm_
L
Juhtme labiviik L

Ulemine +150 mm

Vasakule +120 mm

Alumine +100 mm

Tagumine Néuded puuduvad
9 Paigaldamine

9.1 Ulevaade: Paigaldus

Kasutajaliidese
etappidest:

1 Maarake kindlaks, kuidas soovite elektrijuhtmeid suunata, ja
I6igake vastavalt tiikk tagumisest korpusest ara.

2 Tagumise korpuse kinnitamine seinale.
3 Elektrijuhtmestiku tUhendamine.
4 Kasutajaliidese sulgemine.

paigaldamine koosneb tavaliselt jargmistest

9.2 Kasutajaliidese paigaldamine

9.21 Teave kasutajaliidese paigaldamise kohta

Enne kasutajaliidese paigaldamist peate kindlaks maarama juhtmete
marsruudi ja vastavalt sellele eemaldama osa kasutajaliidese
tagumisest korpusest.

Juhtmeid saab suunata likuma ulevalt, tagant, vasakult voi alt.
Eemaldage osa tagumisest korpusest vastavalt joonisele:

a
|
O
N
)— b
=) D |
( ]
|
C

a Juhtmed Ulevalt
b Juhtmed vasakult
¢ Juhtmed alt

Kui suunate juhtmed likuma tagantpoolt, ei pea te midagi
eemaldama.

TEAVITUSTOO

Kui juhite juhtmed Iabi lGlaosa vdi tagaseina kaudu, pange
juhtmed labi lahtildigatud ava, enne kui kinnitate tagaseina.

9.2.2 Kasutajaliidese paigaldamine

1 Vbtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.

2 Kinnitage korpuse tagaosa tasasele pinnale.

=

@ MARKUS

Olge ettevaatlik, et tagaosa mitte
kinnituskruvide liigse pingutamisega.

deformeerida

9.3 Elektrijuhtmestiku Uhendamine

9.3.1 Ettevaatusabinoud elektrijuhtmestiku
tihendamisel

TEAVITUSTOO

Lugege lisaks jargmiste peatukkide ettevaatusabindusid ja
ndudeid:

= Uldised ettevaatusabindud

= Ettevalmistus

A HOIATUS

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada padev
elektrik ja sealjuures TULEB jargida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

A ETTEVAATUST

Kasutajaliidese Uhendamisel siseliksusega veenduge, et
siseuksuse lUlituskarp ja Ulekandejuhtmestik ei ole
Uhendatud.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
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9 Paigaldamine

MARKUS

Uhendusjuhtmed EI kuulu komplekti.

@ MARKUS

Uhendamisel viltige juhtmete paigaldamist toitevérgu
juhtmestiku ldhedusse, et valtida elektrilisi haireid
(valismura).

TEAVITUSTOO

P1 ja P2 on ilma polaarsuseta.

9.3.2 Elektrijuhtmestiku iihendamistoimingud

Uhendage kasutajalidese klemmid P1/P2 siseseadme klemmidega
P1/P2.

Uhendamine iilevalt

Uhendamine alt

9.4 Kasutajaliidese sulgemine

9.4.1 Ettevaatusabindud kasutajaliidese
sulgemisel

ETTEVAATUST

Arge kunagi puudutage kasutajaliidese sisemisi osi.

ETTEVAATUST

Kasutajalidese sulgemisel olge ettevaatlik, et mitte
pigistada juhtmeid.

@ MARKUS

Kahjustuste valtimiseks veenduge, et kasutajaliidese
esiosa on kindlalt tagumise korpuse sisse kldpsatud.

9.4.2 Kasutajaliidese sulgemine

1 Kldpsake kasutajaliidese esiosa tagumisse korpusesse.

T

2 Kui paigalduskoht on tolmuvaba, siis eemaldage kaitsekile.

9.5 Kasutajaliidese avamine

9.5.1 Ettevaatusabindud kasutajaliidese
avamisel

MARKUS

Kasutajaliidese triikkplaat on paigaldatud eesmisse
korpusesse. Kasutajaliidese avamisel olge ettevaatlik, et
mitte kahjustada trikkplaati.

MARKUS

Kui eesmine ja tagumine korpuse pooled on eraldatud,
veenduge, et trikkplaat pole tolmune véi niiske.

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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10 Siisteemi kaivitamine

9.5.2 Kasutajaliidese avamine

1 Sisestage lapik kruvikeeraja Uhte alumisest

sulgemismehhanismist ja keerake seda aeglaselt.

10 Siisteemi kaivitamine

Kasutajaliides saab oma voolu siseseadmelt. See kaivitub kohe
parast Uhendamist. Selleks, et kasutajaliides oleks kasutatav,
veenduge, et siseseade on sisse lulitatud.

Enne kui kasutajalides on kasutusvalmis, siinkroniseeritakse see
pdhikasutajaliidesega ja liides Iabib jargmise kaivitamisjarjekorra:

Kaivitamisjarjekord
1

Kasutajaliidese kaivitumine

2

Kasutajaliidese slinkroniseerimine pdhikasutajaliidesega

@

3

Kasutajaliides on kasutusvalmis

11 Kasutusliides: lilevaade

111  Nupud

~——

c b d

O sisSENVALIA

= Kui ruumide kitmine/jahutamine ja/vdi sooja tarbevee
kasutamine on VALJAS, vajutage see SISSE.

= Kui ruumide kitmine/jahutamine ja/vdi sooja tarbevee
kasutamine on SEES, vajutage see VALJA.

b @TSUKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA
= Avakuval vajutage lthidalt nupule, et labida td6kuvad.
= Avakuval vajutage pikalt nupule, et likuda peamenuusse.
= Vajutage peamenlis luhidalt nupule, et siseneda Uhte
menudldest.
= Aktiveerige/kinnitage vastavas menuus funktsioon, vaartus
vOi sate.
c =AKTIVEERI/TSUKKEL/REGULEERI
= Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sattepunkti kuva.
= Peamenudus liikuge vasakule.
= Kohandage vastavas meniis/tookuval
vaartust voi satet (vaikimisi: vahendamine).
AKTIVEERI/TSUKKEL/REGULEERI
= Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval
aktiveerige sattepunkti kuva.
= Peamenudus liikuge paremale.
= Kohandage vastavas menlus/tookuval
vaartust voi satet (vaikimisi: suurendamine).

[V

funktsiooni,

o

funktsiooni,

11.2 Avakuva

Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave
olekuikoonide kaudu. Parast moéningast tegevusetust naaseb
kasutajaliides alati avakuvale.

TEAVITUSTOO

Kasutajaliides on varustatud energiasaastufunktsiooniga,
mis pohjustab ekraani pimenemise parast tegevusetuse
perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage Uhte nuppudest.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
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12 Tootab

11.3 Seadme olekut naitavad ikoonid
lkoon Kirjeldus

Siisteemi té6tamine VALJAS. Naitab, et ruumide
kitmine/jahutamine ja/vdi sooja tarbevee kasutamine
on VALJAS.

Bluetooth." Naitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et
kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.

Kiittereziim. Naitab, et slisteem t66tab kitte
tooreziimis.

Jahutusreziim. Naitab, et slisteem t66tab jahutamise
tooreziimis.

Funktsioon VOIMAS. Niitab, et funktsioon VOIMAS
on aktiivne.

Hadaolukorrareziim. Naitab, et hadaolukorrareziim
on aktiivne.

Torge. Naitab, et ilmnes torge.

TEAVITUSTOO

Kui kasutajaliides annab marku hadaolukorrareziimist voi
torkest, vaadake pohikasutajaliidest, et ndha, mis on
valesti.

11.4

Olekunaitur

a
a Olekunaidik
Olekunaidiku kaitumine Tingimus
Pusivalt sinine Tootamine SEES
= Seade todtab (st tegelikult
kutab/jahutab ruumi véi toodab
sooja tarbevett)
VALJAS Toéétamine VALJAS
= Seade on ootereziimil (st sisse
ltlitatud, kuid mitte t60s)
= Seade on VALJAS
Vilkuv punane Silisteemiviga
Pidev punane Susteemitorge

TEAVITUSTOO

Olekunaidiku kaitumine on erinev, kui 66reziim on aktiivne.
Lisateavet vaadake jaotisest "13.2.4 Odreziim" [ 16].

TEAVITUSTOO

Siisteemivigade korral vilgub olekunaidik punaselt. Niipea,
kui vajutate ménda nuppu, lulitub olekunaidik Ule "pidevale
punasele".

12  Tootab

121 Pohikasutus

1211 Toéokuvad

Avakuval vajutage @ (lGhidalt), et liikuda Uhelt téokuvalt teisele.

Kirjeldus

Toatemperatuur. Vaadake
tegelikku toatemperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) toatemperatuurile.

Sooja tarbevee temperatuur.
Vaadake tegelikku sooja
tarbevee temperatuuri ja
reguleerige seda vastavalt
(soovitud) sooja tarbevee
temperatuurile (st paagi
soojendamine).

Funktsioon VOIMAS.
Aktiveerige funktsioon VOIMAS
voi lllitage see valja (st paagi
kiire soojendamine).

12.1.2 Peameniiii

Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenulusse. Kasutage menulde vahel liikumiseks nuppe = ja
. Vajutage uuesti @ et siseneda Uhte menuldest.

Mendiii Kirjeldus

n Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.
D Tagasi. Naaske avakuvale.

Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata valja
Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

(™ Sénaline kaubamérk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamargid, mis kuuluvad ettevéttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid
kaubamarke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. K&ik muud kaubaméargid ja arinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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12 Tootab

Kirjeldus

Satted. Seadistage kasutajaliidese satted.

Ruumi téoreziim. Seadistada ruumi téoreziim.

12.2 Ruumi kutte/jahutuse
reguleerimine

12.2.1 Info ruumikitte/-jahutuse reguleerimise

kohta
Ruumi kitte/jahutuse reguleerimine hdlmab:
= Toatemperatuuri reguleerimine;
= Ruumi t66reziimi seadistamine.
Toatemperatuur

Toatemperatuuri  reguleerimine  toimub  avakuvalt.  Avakuval
kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida méddab kasutajaliidesesse
paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise
kohta vaadake jaotisest "12.2.3 Toatemperatuuri muutmine" [» 14].

Toatemperatuuri reguleerimise viis séltuv temperatuuri reguleerimise
meetodist, mis on maaratud pohikasutajaliideses.

Pohikasutajaliidese
temperatuuri reguleerimise
meetod

Toatemperatuuri regulaator

Ruumi termostaadi regulaator Muutke tegelikku
toatemperatuuri, suurendades
v6i vahendades soovitud

toatemperatuuri vaartust.

205,

Valjuva vee temperatuuri
reguleerimine (fikseeritud)

Muutke toatemperatuuri,
suurendades voi vahendades
véljamineva vee temperatuuri (st
soojussOlmedesse saadetava
vee temperatuuri).

34:

Valjuva vee temperatuuri
reguleerimine (ilmast soltuv)

Muutke toatemperatuuri,
alandades voi tostes
ilmastikutingimustest séltuvat
kdverat, mis on kasutajaliideses
kujutatud nihke vaartusega.

+

TEAVITUSTOO

Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta
leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

TEAVITUSTOO

Kui kasutajaliidese sees olev temperatuuriandur on katki,
esineb suUsteemis viga ja tdokuval kuvatakse tegeliku
temperatuuri aseme

Ruumi tooreziim
Ruumi té6reziimid valitakse ruumi tdoreziimi mentust. Ststeem voib
tootada jargmistes tooreziimides:

Tooreziim

ES
[}
o
=

M Kiitmine. Kitta ruumi.

Wl
NS

Jahutamine. Jahutada ruumi.

Automaatne. Automaatne uleminek kiitmise ja
jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri
sattepunktile.

EE3

Soltuvalt siseseadme tllbist ja/voi pohikasutusliideses tehtud
seadistustest on voimalik, et modned t&oreziimid ei ole
kattesaadavad.

Kui... Siis...

Kasutajaliidest kasutatakse koos |Ruumi tédreziimi mentl puudub
ainult kiittega siseruumide peamenius.
seadmetega

Saate valida ainult kitte- voi
jahutusreziimi.

Automaatne tooreziim on
pShikasutajaliidesel
kattesaamatuks tehtud

Ukski eespool nimetatud Saate valida koik tooreziimid.

tingimustest ei ole tdene

12.2.2 Ruumi kitmis-/jahutusreziimi liilitamiseks
SISSE/VALJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.

1 vajutage nuppu o.

Tulemus: Kasutajaliides lilitab ruumi kitmis-/jahutusreziimi SISSE
vOi VALJA, soéltuvalt eelnevast olekust.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
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12 Tootab

TEAVITUSTOO

Tooreziimi oleku VALJAS naitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

OFF

12.2.3 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage BH voi = et aktiveerida sattepunkti kuva.

205,

2 Kasutage ja = et sattepunkti muuta.

22 5.

3 Vajutage @ et sattepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

TEAVITUSTOO

Kui tdéreziim on VALJAS, et vdimalda kasutajaliides teha
sattepunkti muudatusi.

TEAVITUSTOO

Séltuvalt pohikasutajaliidese satetest ei pruugi sattepunkti
muutmine olla véimalik. Sellisel juhul on vOi
vajutamine  toatemperatuuri vdi  sooja  tarbevee
temperatuuri tdokuval asjatu.

TEAVITUSTOO

Toatemperatuuri reguleerimise viis soéltuv temperatuuri
reguleerimise meetodist, mis on maaratud
pbhikasutajaliideses.  Lisateavet vaadake jaotisest
"12.21 Info ruumikitte/-jahutuse reguleerimise
kohta" [» 13].

12.2.4 Ruumi tooreziimi muutmine

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamendllsse.

3 Vajutage @ et siseneda menuusse.

4 Kasutage = ja , et valida ruumi tdéoreziim, ja vajutage @ et
see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

12.3 Sooja tarbevee reguleerimine

12.3.1

Sooja tarbevee regulaator hdimab:

Info sooja tarbevee reguleerimise kohta

= Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine;

= Funktsioon VOIMAS aktiveerimine véi valjaliilitamine.

Sooja tarbevee temperatuur

Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja
tarbevee temperatuuri saab suurendada voi vahendada.

TEAVITUSTOO

Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki,
esineb suUsteemis viga ja tdokuval kuvatakse tegeliku

veetemperatuuri asemel "--".

Funktsioon VOIMAS

Funktsioon VOIMAS véimaldab soojendada sooja tarbevett
varukutteseadmega vdi  Kiirkitjaga, soltuvalt siseseadmest.
Kasutage seda reziimi nendel paevadel, kui sooja vee tarbimine on
tavaparasest suurem.

12.3.2 Sooja tarbevee reziimi SISSE/VALJA
lilitamine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda sooja tarbevee téokuvale.

2 vajutage nuppu (D

Tulemus: Kasutajaliides lilitab sooja tarbevee rezZiimi SISSE voi
VALJA, soltuvalt eelnevast olekust.

TEAVITUSTOO

Tooreziimi oleku VALJAS naitamiseks kuvab kasutajaliides
avakuval OFF.

OFF

12.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda sooja tarbevee téokuvale.

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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13 Haalestamine

2 Vajutage M voi = et aktiveerida sattepunkti kuva.

50

TEAVITUSTOO

Selleks, et naidata, et funktsioon VOIMAS on aktiivne,
kuvab kasutajalides sooja tarbevee kasutamise ekraanil
ikooni VOIMAS.

TEAVITUSTOO

Taiendavat teavet funktsiooni VOIMAS kohta leiate

3 Kasutage ja = et sattepunkti muuta. seadme paigaldaja  kasutusjuhendist ja kasutaja
kasutusjuhendist.
°C
a 13 Haalestamine
4 Vajutage @ et sattepunkt kinnitada. 13.1 Teave
Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja e r o
tarbevee kasutamise kuvale. 13.1.1 Teabemeniii kirjeldus
TEAVITUSTOO TeabemenUlst saate jargmist teavet.
Kui todreziim on VALJAS, et véimalda kasutajaliides teha Teave Kirjeldus
sattepunkti muudatusi. SWA1 Kasutajaliidese tarkvara ID
TEAVITUSTOO Ver Kasutajaliidese tarkvara versioon
SW2 Kommunikatsioonimoodul

Séltuvalt pbhikasutajaliidese satetest ei pruugi sattepunkti
muutmine olla véimalik. Sellisel juhul on \e]
vajutamine  toatemperatuuri vdi  sooja  tarbevee
temperatuuri tdokuval asjatu.

12.3.4 Sooja tarbevee véimsa reziimi kasutamine

1 Avakuval vajutage @ et liikuda funktsiooni VOIMAS kuvale.

2 Funktsiooni VOIMAS aktiveerimiseks kasutage ja = et
valida "Aktiveeri".

3 Funktsiooni VOIMAS véljalilitamiseks kasutage ja = et
valida "Lulita valja".

4 Vajutage @ et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

(Bluetooth) tarkvara ID

Kommunikatsioonimoodul
(Bluetooth) MAC-aadress

13.1.2 Teabe kattesaamine

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenuusse.

2 Vajutage @ et siseneda teabemenuisse.

SW1 17012B01
Ver 01.00.00

3 Vajutage , et minna teisele lehele.

H 2/2
SW2 12345678

12:34:56:78:9A:BC

13.2 Seadistusmeniii

13.2.1 Teave seadistusmeniiii kohta

Seadistusmentils saate teha jargmisi satteid:

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
Kasutajaliides
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13 Haalestamine

Kategooria lkoon Satted Naidiku ekraani kontrastsuse seadistamine
Kuva

Maarake heledus Eeltingimus: Olete seadistusmentils.

1 Liikuge ekraani kontrasti menuus.

Maarake kontrast

Olekunaidik @ Maarake intensiivsus
Odreziim Aktiveerige voi lulitage
D vilja

Seadistusmeniilisse sisenemine

2 Vajutage @ et siseneda menulsse.

1 Avakuval vajutage O] ja hoidke nuppu all, kuni sisenete 3 Kasutage =ja [+ reguleerida ekraani kontrasti.

peamenuisse.
4 Kinnitamiseks vajutage @

Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb
avakuvale.

13.2.3 Olekunaéituri satted

Olekundituri heleduse seadistamine
Eeltingimus: Olete seadistusmeniius.

1 Liikuge olekunaidiku intensiivsuse menuds.

3 Vajutage @ et siseneda menulsse.

Tulemus: Olete seadistusmentiis.

13.2.2  Ekraani satted 3 Kasutage =ja , et reguleerida olekunaidiku intensiivsust.

Naidiku ekraani heleduse seadistamine 4 Kinnitamiseks vajutage @

Eeltingimus: Olete seadistusmendiiis. Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb

" . . avakuvale.
1 Liikuge ekraani heleduse menuis.

13.2.4 Oobreziim
Teave 60reziimi kohta

Aktiveerige 60reziim, et kasutajalides toimiks muudetud kuva ja
olekuindikaatoriga, eesmargiga kasutajat 66sel mitte hairida.

2 Vajutage [ et siseneda meniitisse. Tingimus ‘ Obreziim
Kuva
Seisutaimeri aegumine ‘VALJAS
Olekunaidik
Viga Vilkuv, punane. Parast

nupuvajutust voi taimeri
aegumist: VALJAS.

3 Kasutage =ja , et reguleerida ekraani heledust. Torge VALJAS
4 Kinnitamiseks vajutage @ To6tamine SEES VALJAS
Tulemus: Kasutajalides rakendab muudatused ja naaseb Todtamine VALJAS VALJAS
avakuvale.
Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend DAIKIN BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK
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13 Haalestamine

Oobreziimi aktiveerimine Tarkvarauuendus Juhised

Madoka Assistant rakendus "13.3.2 Tarkvara varskendamine
rakendusega" [» 17]

Eeltingimus: Olete seadistusmenius.

Eeltingimus: Kasutajaliides ei ole 66reziimis.
9 J Uuendustooriist "13.3.3 Tarkvara varskendamine
1 Liikuge 66reziimi menuus. varskendamise

abivahendiga" [» 18]

13.3.2 Tarkvara varskendamine rakendusega

Tarkvara uuendamine koos rakendusega:

1 Aktiveerige kasutajaliideses Bluetooth vastavalt jaotises
2 Vajutage @ et siseneda meniiiisse. "Bluetooth-side loomine" [» 17] toodud juhistele.

2 Puudutage rakenduse avakuval selle kasutajaliidese plaati,
mille tarkvara soovite uuendada, ja jargige sealt juhiseid.

TEAVITUSTOO

Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google
Play ja poest Apple Store.

3 Kasutage =ja , et valida "Aktiveeri". TEAVITUSTOO

Kui Uhendate kasutajalidese esmakordselt seadmega,
algatavad rakendus ja  kasutajalides  numbrilise
vordlusprotseduuri. Kasutajaliidese edukaks
Uhendamiseks rakendusega toimige vastavalt
protseduurile.

Parast iga edukat Uhendust mobiilsecadmega salvestab

4 Vajutage@, et aktiveerida 66reziim. kasutajaliides automaatselt teavet selle mobiilseadme

Tulemus: Kasutajaliides siseneb é6reziimi ja naaseb avakuvale. kohta, et hdlbustada edaspidist taastihendamist. Seda
teavet nimetatakse "sidumisandmeteks".

Odreziimi valjalulitamine Kui sidumisandmeid ei ole salvestatud (st esimesel

Uhendamisel voi parast selle kasitsi eemaldamist), peate

Eeltingimus: Olete seadistusmenius. e v ° >
labima numbrilise vérdlusprotseduuri.

Eeltingimus: Kasutajaliides on d6reziimis.

Kui sidumisandmed on salvestatud, saate kasutajaliidese
Uhendada mobiilseadmega lihtsalt nii, et saates
kasutajaliidese kaudu Bluetooth signaali ja puudutades
rakenduses kasutajaliidese plaati. Kasutajaliides Uhendub
seejarel automaatselt mobiilseadmega.

1 Liikuge 66reziimi menuus.

Sidumisandmed salvestatakse automaatselt ja neid saab
kasitsi eemaldada. Eemaldage kasutajaliidesest
sidumisandmed, kui soovite uuendada tarkvara monest
2 Vajutage @ et siseneda meniilisse. teisest mobiilseadmest kui see, mille kohta kasutajaliides
sisaldab teavet.

TEAVITUSTOO

Kasutajaliidese Uhendamiseks mobiilseadmega Bluetooth
abil ja tarkvarauuenduse tegemiseks on vajalik, et viibite
kasutajaliidese lahedal (st Bluetooth leviala piires).

3 Kasutage =ja , et valida "Lulita valja". Bluetooth-side loomine

Eeltingimus: Teil on mobiilseade, millele on paigaldatud ja t66tab
Madoka Assistant rakendus.

Eeltingimus: Sellel mobiilseadmel on Bluetooth SEES.
Eeltingimus: Olete kasutajaliidese lahedal.

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
4 Vajutage @ et ltlitada 66reziim valja. peamendudusse.

Tulemus: Kasutajaliides lahkub 66reziimist ja naaseb avakuvale.

13.3 Tarkvara varskendamine

13.3.1 Teave tarkvara varskendamise kohta

On tungivalt soovitatav, et kasutajaliidesel oleks uusim 2 Kasutage =ja , et liikuda Bluetooth mends.
tarkvaraversioon. Tarkvarauuenduse tegemiseks on kaks véimalust.

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK DAIKIN Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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13 Haalestamine

3 Vajutage @ et siseneda menuusse.

FFFFFF
ID:0X 00

})

4 Vajutage , et aktiveerida Ed ja anda kasutajaliidesele kasklus
saata valja Bluetooth signaal.

Tulemus:

FF:FF:FF
ID:03 00

e @l

X

Numbriline vérdlus

5 Madoka Assistant rakenduses puudutage selle kasutajaliidese
plaati, mille tarkvara soovite uuendada.

Tulemus: Kui teete (henduse esmakordselt voi kui
sidumisandmed on eemaldatud, saadab teie mobiilseadme
operatsioonislisteem sidumistaotluse, mis sisaldab
numbrikombinatsiooni.

Tulemus: Kasutajalideses kuvatakse numbriline string, mida
saab vorrelda sidumistaotluse andmetega.

012345
v X

6 Noustuge rakenduses sidumistaotlusega.

7 Kasutajaliideses vajutage = numbrikombinatsiooni

kinnitamiseks.

Tulemus: Kasutajalides ja mobiilseade on uhendatud Bluetooth
kaudu.

8 Tarkvara uuendamiseks jargige rakenduse juhiseid.

Bluetooth-sideiihenduse I6petamine

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamendulsse.

3 Vajutage @ et siseneda menuulsse.

FF:FF:FF
ID:0X 00

e €3 il

R X

4 Vajutage , et peatada kasutajaliidese Bluetooth signaali
véljasaatmine.

Tulemus:

FF:FF:FF
ID:0X 00

Uhendusteabe eemaldamine

1 Avakuval vajutage @ ja hoidke nuppu all, kuni sisenete
peamenuusse.

FF:FF:FF
ID:0X 00

4 Vajutage = et eemaldada sidumisandmed kasutajaliidesest.

Tulemus:

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

13.3.3 Tarkvara varskendamine varskendamise
abivahendiga

Tarkvara uuendamine tarkvaraga Updater

Eeltingimus: Tarkvaraga Updater arvuti (tarkvara dige versiooni
kohta saate lisainfot oma edasimujalt)

Eeltingimus: Arvuti USB-kaabel EKPCCAB4 v&i suurem (sisaldab
USB-kaablit ja lisakaableid)

1 Veenduge, et siseseade oleks VALJA liilitatud.

2 Uhendage kasutajaliides arvutiga.

Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
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14 Hooldamine

USB-kaabel
Kasutajaliidese trikkplaat
Siseseadmesse

a
a Arvuti koos tarkvaraga Updater
b
c

o

Lulitage siseseade SISSE.
Avage tarkvara Updater.

Tarkvaras Updaterliikuge valikule "Update
procedure" (uuendamisprotseduur).

6 Sisestage kasutajaliidese mudeli nimi.
Valige soovitud uuendamisprotseduur.

8 Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

14 Hooldamine

141 Hooldamise ohutuseeskirjad

A HOIATUS

Enne hooldus- v&i remonditdéde teostamist peatage
slsteemi t66 kasutajaliidese abil ja lulitage toiteallikate
kaitsellliti valja. Voimalik tagajarg: elektril6ok voi
vigastus.

MARKUS

Kasutajaliidese puhastamiseks ARGE kasutage orgaanilisi
lahusteid, naiteks varvi lahjendajat. Voimalik tagajarg:
kahjustused, elektrilddk voi tulekahju.

A HOIATUS

Arge peske kasutajalidest. Véimalik tagajéarg: elektriline
leke, elektrilodk voi tulekahju.

TEAVITUSTOO

Kui kasutajaliidese puhastamisel ei ole vdimalik pinnal
olevat mustust hdlpsasti eemaldada, leotage lappi
neutraalses veega lahjendatud puhastusvahendis,
vaanake lapp valja ja puhastage pinda sellega. Seejarel
puhkige kuiva lapiga kuivaks.

14.2 Kasutajaliidese puhastamine

1 Puhastage ekraani ja muid kasutajaliidese pinnaosasid kuiva
lapiga.

15 Veatuvastus

15.1

Kui siseseade on vigane, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal
kuvab poéhikasutajalides veakoodi. Veakoodi nagemiseks
Loetelu veakoodidest ja nende

ajal
kontrollige pdhikasutajaliidest.
tahendusest leiate siseseadme dokumentatsioonist.

Lahendage vea pohjus.

Siseseadme veakoodid

BRC1HHDAW+BRC1HHDAS+BRC1HHDAK DAIKIN
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