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1 | A dokumentum bemutatésa

1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség
Képesitett szerel6k

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdacidkészlet a
kovetkez&kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés el6tt
- Formatum: Papir (a klltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors osszefoglald az egyszer(i felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozdban)
= Felhasznaldi referencia-utmutato:

- Részletes, lépésrbl-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informacidk az alapvetd
és a halado felhasznalasi modokrol

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkez6 webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

= Szerelési kézikonyv:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a klltéri egység dobozaban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Szerelési el6késziletek, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok stb.

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

= Kiegészitd kézikdnyv az opcionadlis berendezésekhez:
- Kiegészit6 informacidk az opcionalis berendezések lizembe helyezéséhez

- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozdban) + digitalis fajlok, amelyek a
kovetkezé weboldalon taldlhatdk: https://www.daikin.eu. A megfelel6 modell
megkereséséhez hasznalja a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacid legljabb kiaddsai a helyi Daikin weboldalrél vagy a
forgalmazotdl szerezhetdk be.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tébbi nyelvd véltozat az Utmutatéd
eredeti szovegének a forditasa.

Miiszaki technikai adatok

= A mdszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzi¢janak teljes dokumentacidjat a Daikin Business
Portal (jelszd szlikséges) szerezheti be.

Online eszk6zok

A dokumentaciokészleten kivil néhany online eszkdz is elérhet§ a szerel6k
szamara:
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= Daikin Technical Data Hub

- Az egységek muszaki adatait, hasznos eszkozoket, digitalis eréforrasokat stb.

tartalmazé kozpont.
- Nyilvdnosan elérhet§ a https://daikintechnicaldatahub.eu cimen.

= Heating Solutions Navigator

- Digitdlis szerszamkészlet, amely szamos eszkozt kindl a flit6é rendszerek

felszerelésének és konfiguralasanak elGsegitésére.

- A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me platformon valé

regisztracio szUkséges. Tovabbi informacid:
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

https://

- A szerel6k és szerviztechnikusok szamdra készilt mobilalkalmazés, amely
lehetévé teszi a f(it6 rendszerek regisztraciojat, konfigurdlasat és

hibaelharitasat.

- A mobilalkalmazds i0S- és Android-eszkdzokre az aldbbi QR-kédok
hasznalataval tolthet6 le. Az alkalmazas eléréséhez a Stand By Me platformon

vald regisztracio szikséges.

App Store

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

forrazas veszélye.

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas hémérséklet miatt fennall az égés/

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy haldlos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

BB B Db P
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MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

VIGYAZAT
Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

* INFORMACIO

1

Hasznos tipp vagy tovabbi informacid.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jel6lés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és lizemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a
szerelési kézikonyvet.

Tovabbi informaciokat az "Referencia Utmutato a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

>B § =

A dokumentumban hasznalt jelolések:

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.

@ A tdbldzat cimét vagy a rd mutatd hivatkozast jelzi.

Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.

1.2 A szerelGireferencia-Utmutatd attekintése

Fejezet Leiras
A dokumentum bemutatasa A szerel6 rendelkezésére allo dokumentumok
Altaldnos biztonsagi Biztonsagi tudnivaldok, amelyeket el kell olvasnia
ovintézkedések a felszerelés el6tt

A szerel6re vonatkozo specialis
biztonsagi utasitasok

A doboz bemutatdsa A doboz kezelése, az egységek kicsomagolasa és
a tartozékok eltavolitasa

Egységek és opciok = Az egységek azonositasa

= Egységek és opcidk lehetséges kombinacioi

Hasznalati irdnyelvek A rendszer kilonb6z6 felszerelési beallitasai
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Fejezet

Leiras

Az egység felszerelése

A rendszer felszerelésével kapcsolatos teenddk
és tudnivalok, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informacidkat

A csovek felszerelése

A rendszer csdveinek felszerelésével kapcsolatos
teenddk és tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informacidkat

Elektromos felszerelés

A rendszer elektromos alkatrészeinek
felszerelésével kapcsolatos teenddk és
tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informacidkat

A klltéri egység felszerelésének
befejezése

Az egység és a csovek felszerelése, valamint az
elektromos felszerelés utdni teenddék

Bedllitas

A rendszer felszerelés utani konfiguralasaval
kapcsolatos teenddk és tudnivaldk

Belizemelés

A rendszer konfigurdlds utani belizemelésével
kapcsolatos teenddk és tudnivaldk

Atadas a felhasznaldnak

Mit kell atadni és elmagyardzni a felhasznalénak

Karbantartas és szerelés

Az egységek karbantartasa és szerelése

Hibaelharitas

Tennivalok problémak esetén

Hulladékkezelés

A rendszer hulladékkezelésének modija

M{szaki adatok

A rendszer mUszaki jellemz6i

Szdszedet

Fogalommeghatdrozdsok

Helyszini beallitasok tablazata

A tablazatot a szerel6nek kell kitdltenie, és meg
kell tartani tovabbi hivatkozas céljabdl

Megjegyzés: A felhasznaldi referencia-
Utmutatdban talalhatd egy szerel6i beallitadsok
tablazat is. Ezt a tablazatot a szerelének kell
kitoltenie, és at kell adnia a felhasznalénak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 A EIEPIEGINEK ..ttt et t At st s et R ke h ke a kst h ettt s et n ettt

211
212
213
214
2.1.5

2.1 Atelepitdnek

2.1.1 Altaldnos

Altalanos

Felszerelés helye
HUit6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazéjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= NEM szabad mi{kod6 rendszernél vagy a miikodés utdn kozvetlenldl a
hltékozegesovekhez, a vizesovekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszahll a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(t.

= Avéletlenil szivargo hlit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionadlis berendezéseket és potalkatrészeket
haszndéljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Utmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A miianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, féleg
gyermekek ne jatszhassanak vellk véletlenll. Lehetséges kovetkezmény: fulladds.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

> BB B B P

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése sordn viseljen megfeleld
védéfelszerelést (véddkeszty(t és -szemiveget stb.).

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

VIGYAZAT

NE érijen a levegé bemeneti nyildséhoz és a  készulék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

> B

* NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy felalini.

MEGJEGYZES
A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott széraz idGjarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz6konyvet
biztositani a termékhez, amely legalabb a kovetkezé informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id6szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informadciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlizoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépdban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé Utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegend( teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 teriletet. NE fedje le a szell6z6nyildsokat.
= Gy6zEdjon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromdagneses hulldamokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdgneses hullamok megzavarhatjak a vezérl6 rendszert, a berendezés
mUkddészavaradt okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargdsa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termelddik. A rézcsévek
és a forrasztdsok korrdzidja a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.
2.1.3 HUit6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szerel8i referencia-Utmutatdjat.

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

{

A2

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyluzni a rendszert, és a
h{tékozeg szivarog a hiitékorbal:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbdl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A mkodd kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

* Haszndljon kilon begyjté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hiitékozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hilit6kodzeg-koncentracid zart térben oxigénhidnyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggaz tlzzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A hiitéfolyadékot MINDIG gydijtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kérnyezetbe jusson.
VakuumszivattyUval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. HitSkozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betdlteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikod6é kompresszorba bejutd oxigén ongyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkeriilése érdekében NE toltsén be tobb
hiitékozeget megadott mennyiségnél.

® Ha a hit6kozegrendszert meg kell bontani, a hlit6kozeg kezelését a vonatkozd
eléirasoknak megfeleléen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

QI Qf PP PP

MEGJEGYZES

Ha a teljes csészerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

= Ha JUjratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattdblat vagy az egység
hdt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashaté a hasznalhatd hlit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

= Ha az egység gyarilag fel van toltve hiit6kozeggel vagy az egység nincs feltoltve,
akkor a cséméretektdl és a cs6hosszaktdl fuggben hlit6kozeg-utantdltésre lehet
szlikség.

= A kell6 nyomdsallésag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelézése érdekében KIZAROLAG a h(tékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlt6kozeget az aldbbiak szerint:

Ha Akkor...
Szifoncsovet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbeto6ltd szifonnal
ellatva) felirat lIathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltdltésnél a palack lefelé alljon.

-

= A h{t6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazéllapotu
hlt6kozeg betdltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hitékozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zérni a h{t6kozegtartdly szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hitékozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hlit6kozeg-mennyiség.

= A h(t6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

2.1.4 Viz
Ha alkalmazhatd. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szerelGi referencia-Utmutatoéjat.
MEGJEGYZES
Kizarolag a 2020/2184 EU-irdnyelvnek megfelel§ minéségl vizet hasznaljon.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.1.5 Elektromos

A\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,
elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

>

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mads olyan megszakitot, amellyel minden poélus csatlakozasa
bonthato, amennyiben Ill-as kategoériaju tulfesziltség lépne fel.

>

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése a torvényi elGirasoknak
megfelel6en tortént-e.

® A helyszini huzalozdsi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiilsé nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kilon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlkséges biztositékok és
megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencids elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy az elektromos dobozban
minden elektromos alkatrész és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditdsa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezdrta-e a fedeleket.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldeldvezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kdzotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elSbb, és ne a foldelSvezetéké.

®

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elSirasok:
N N
[ 1 [ eon O
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

" Ha kett6 vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

* A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozdk csavarjainak meghuzasahoz hasznéljon megfelel§ csavarhizét. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizdsra megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkdbelek legyenek legaldbb 1 méter
tdvolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldamhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az aramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség fazisai felcserél6dhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell elldtni. Ha a rendszer forditott fazissal izemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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3 | A telepit6knek sz6lé biztonsagi utasitasok

3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Felszerelés helye (lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 61])

FIGYELEM
Az egység megfeleld felszereléséhez kovesse a jelen kézikonyvben a szerelési térhez

megadott méreteket. Lasd: "7.1.1 A kiltéri egység Uzembe helyezései
kovetelményei" [» 61].

Az R32 egységre vonatkozo specidlis kovetelmények (lasd: "7.1.1 A kiiltéri egység
Uzembe helyezései kbvetelményei" [» 61])

FIGYELEM
= NE szurja fel, vagy tegye ki hé hatasanak a hiit6kozegkor alkatrészeit.

= NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktol eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

® Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(itékozeg teljesen SZAGTALAN.

FIGYELEM
A készlléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol nem éri mechanikus

sérilés, és ahol nincs folyamatosan sugarzo tlzforras (példaul nyilt langok, m(ikodé
gdzkészllék vagy mikodé elektromos fiitd).

FIGYELEM

Ugyeljen r4, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartads és a javitds a Daikin
utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi elirdsoknak, illetve
arra, hogy a munkat KIZAROLAG erre jogosul személy végezze el.

A kiiltéri egység felszerelése (lasd: "7.2 A kUltéri egység felszerelése" [» 65])

FIGYELEM
A kiltéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak megfelel6en KELL felszerelni. Lasd

7.2 A kiltéri egység felszerelése" [ 65].

A killtéri egység felszerelése (lasd: "7.2.4 A kiltéri egység felszerelése" [» 67])

VIGYAZAT

A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegGbemenetét

vagy aluminium bordait.

VIGYAZAT

NE tavolitsa el a véd6kartont az egység megfelels felszerelése el6tt.

Az egység felnyitasa és lezarasa (lasd: "7.3 Az egység kinyitasa/bezérasa" [» 70])
c VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

>

A csovek felszerelése (lasd: "8 CsGszerelés" [ 72])

FIGYELEM

A kilsé csovek felszerelési modjanak meg KELL felelnie a jelen kézikdnyvben foglalt
utasitasoknak. Lasd: "8 Csészerelés" [» 72].

>

Glikolos fagyvédelem esetén:

FIGYELEM

Az etilénglikol mérgez6 anyag.

FIGYELEM

A glikol hasznalata a rendszer korrézidjat idézheti el6. A korrozidalld adalék nélkali
glikol oxigén hatasdra savassa valik. Ezt a folyamatot a réz jelenléte és a magas
hémérséklet gyorsitja. A savas korroziddlld adalék nélkili glikol megtamadja a
fémfellletet, és galvanikus korrézidcelldkat hoz létre, amelyek nagymértékben
karositjak a rendszert. Ezért fontos, hogy:

> B

= aviz kezelését egy szakképzett vizspecialista hajtsa végre,

= a glikol valasztott korrdézidalld adaléka kozombositse a glikol oxidacidja soran
keletkezé savakat,

= semmilyen autdiparban alkalmazott glikol nem haszndlhato, mivel ezek
korrézidallé adalékanyaganak élettartama korlatozott, és szilikatokat tartalmaz,
amik beszennyezhetik vagy eltomithetik a rendszert,

= a glikolos rendszerekben NEM lehet horganyzott cséveket hasznalni, mivel a glikol
egyes korrozioallo adalékanyag-osszetevdinek kicsapodasat okozhatja.

Elektromos felszerelés (lasd: "9 Elektromos bekotések” [» 87])

FIGYELEM
Az elektromos vezetékek csatlakoztatdsi modjanak meg KELL felelnie az alabbiak

utasitasainak:

= Ez a kézikonyv. Lasd: "9 Elektromos felszerelés" [» 87].

= A kultéri egységhez mellékelt elektromos huzalozasi rajz, amely az elilsé lemez

belsején taldlhatd. A jelmagyardzatat ldsd: "16.2 Huzalozdsi rajz: Kiltéri
egység" [r 263].

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

> B> P
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3 | A telepit6knek sz6lé biztonsagi utasitasok

FIGYELEM

A kiegészit6 flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tdpellatdssal, és a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapelldtasat és a foldkabelt.

FIGYELEM

Lecsupaszitott vezeték. Ugyeljen arra, hogy a lecsupaszitott vezeték ne
érintkezhessen az alsé lemezen esetlegesen megallo vizzel.

> B B

7

Belizemelés (lasd: "11 Belizemelés" [» 229])

FIGYELEM

A belizemelés modjanak meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt utasitasoknak.
Lasd: "11 Betzemelés" [» 229].

>
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4 | A doboz bemutatdsa

4 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hianyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozdé
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

Ebben a fejezetben

4.1 KUIEEIT @YSEE ..ttt s skt s st s ket a et st s et st eh e st h et st n ettt ettt
4.1.1 A kultéri egység kicsomagolasa
4.1.2 Tartozékok leszerelése a KUILEri @GYSEGIGl .. ....c.iiiiiiieiieie e 18

4.1 Kultéri egység

4.1.1 Akiltéri egység kicsomagolasa

1 Vagjale a pantokat, és tdvolitsa el a kartonpapirt.

2\
Q

22/ 7 7 7 7 &F
/I777777)

/7

)1‘

4.1.2 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrél

1 Tavolitsa el az egység tetején és eldtt taldlhatd tartozékokat.

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Altalanos biztonsagi évintézkedések

Uzemeltetési kézikdnyv

Szerelési kézikonyv

Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez
Energiacimke

WLAN-kazetta

Felhasznaldi feltlet (eltlsé lemez, hatsd lemez, csavarok és tiplik)
Egység felszerel6lemeze

Rezgéscsillapitdk

Kabelrogzits

Csavarok, anyak, alatétek és rugos alatétek

Az egység felnyitasat (lasd: "7.3.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 70])
kovetGen tavolitsa el az egység belsejében talalhato tartozékot.

a Elzérdszelep

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
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5 | Egységek és opcidk

5 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

5.1 A ZONOSIEAS .ttt bbb h bttt 20
5.1.1 AZONOSItAST CIMKE: KUITEIT @ZYSEE ...ttt 20
52 Egységek és beallitdsok KOMDINACIOJA. ... oviiiiiieieieie ettt 21
521 A kultéri egység opcioi 21
5.2.2 A kultéri egység és a hasznalatimelegviz-tartély lehetséges KombiNACiOi........ccovvviiiiieiiiieseea 25

5.1 Azonositas

5.1.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység

Hely

A modellek azonositasa

Példa:EBLAO6E23V3

D=Csak f(ités

Kéd Magyarazat
E Monoblokk kiltéri hészivattyu
B B=Kétiranyu (flités+hités)

mikodési tartomanyt)

L Alacsony vizhémérséklet — 2. kbrnyezeti zona (lasd a

V3=1N~, 230 V (AC), 50 Hz

A R32 hitbkozeg

06 Teljesitményosztaly

E2 Modellsorozat

3 3=Beépitett kiegészitd flitéelemmel rendelkezé modell
[—]=Beépitett kiegészit6 flitéelemmel nem rendelkezé
modell

V3 Tapellatas:

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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5 | Egységek és opciok

5.2 Egységek és beallitasok kombinacidja

INFORMACIO

Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciék NEM elérheték.

i @

5.2.1 AKkdltéri egység opcioi
Tobbzonas vezetékes vezérlok
A kovetkez6 tobbzonas vezetékes vezérlbket csatlakoztathatja:
= 230 V-o0s tobbzonas alapegység (EKWUFHTA1V3)
= 230 V-os digitalis termosztat (EKWCTRDI1V3)
= 230 V-os analdg termosztat (EKWCTRAN1V3)
= 230 V-os mUikodtets egység (EKWCVATR1V3)
A szerelési Utmutatasokat 1dsd a vezérl6 szerelési kézikonyvében és az opciondlis
berendezések kiegészitd kézikonyvében.
Szobatermosztat (EKRTWA, EKRTRB)

A klltéri egységhez opcionalis szobatermosztat csatlakoztathatd. Ez a termosztat
lehet vezetékes (EKRTWA) vagy vezeték nélkili (EKRTRB).

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztat szerelési kézikbnyvében és az
opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.
Tavoli érzékeld vezeték nélkiili termosztathoz (EKRTETSB)

Tavoli  beltéri h&mérséklet-érzékel6t (EKRTETSB) csak a vezeték nélkuli
termosztattal (EKRTRB) hasznalhat.

A szerelési Utmutatdsokat ldsd a szobatermosztat szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikbnyvében.

Digitalis KI/BE PCB (EKRP1HBAA)

A Digitalis KI/BE PCB a kovetkez§ jelek biztositdsdhoz sziikséges:

= Riasztas kimenete

= Térf(ités/-h(ités BE/KI kimenet

« Atallas kilsé héforrasra

A szerelési Utmutatasokat lasd a digitalis KI/BE PCB szerelési kézikonyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikbnyvében.

Kommunikaciés PCB (EKRP1AHTA)

A digitalis bemenetek altali energiatakarékos fogyasztasvezérlés engedélyezéséhez
be KELL szerelni a kommunikacios PCB-t.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a kommunikacids PCB szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészit6 kézikbnyvében.
Tavoli beltéri érzékels (KRCS01-1)

Alapértelmezés szerint a dedikalt kényelmi felhasznaldi felllet belsd érzékelGje
(szobatermosztatként  hasznalt ~ BRC1HHDA)  szolgdl  szobah&mérséklet-
érzékeldként.

A tédvoli beltéri érzékel6 opcioként szerelhets fel a szobahémérséklet egy masik
pontban torténd méréséhez.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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5 | Egységek és opcidk

A szerelési Utmutatasokat 1dsd a tavoli beltéri érzékeld szerelési kézikonyvében és
az opcionadlis berendezések kiegészit6 kézikdnyvében.

INFORMACIO

i

= A tavoli beltéri érzékel6 kizardlag abban az esetben hasznalhato, ha a taviranyito
szobatermosztat funkcidra van beallitva.

= A tavoli beltéri érzékel6 és a tavoli kiltéri érzékel6 nem csatlakoztathato
egyszerre.

Tavoli kiiltéri érzékel6 (EKRSCA1)

Alapértelmezés szerint a klltéri egységben taldlhatd érzékelS haszndlatos a kiltéri
h&mérséklet mérésére.

A tavoli kiltéri érzékel opcidként szerelheté fel a kiltéri hémérséklet egy masik
pontban torténd mérésére (példaul a kozvetlen napfény elkeriilése miatt) a
rendszer jobb m(ikodése érdekében.

A szerelési Utmutatasokat 1asd a tavoli kultéri érzékel6 szerelési kézikbnyvében és
az opcionadlis berendezések kiegészit6 kézikdnyvében.

INFORMACIO

[ ]
l A tavoli beltéri érzékel és a tavoli kultéri érzékel6 nem csatlakoztathato egyszerre.

PC-kabel (EKPCCABA4)

A PC-kdbel kapcsolatot létesit a kiltéri egység hydro PCB-je (A1P) és egy
szamitogép kozott. Lehet6vé teszi a hidromodul szoftverének és az EEPROM-janak
frissitését.

A szerelési utasitasokért Iasd:

= A PC-kdbel szerelési kézikonyve

= "10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatdsa a kapcsolédobozhoz" [» 128]

Hdészivattyu konvektor (FWX*)

Térflités/-h(ités biztositdsahoz hasznalhatok a kovetkezd hészivattyu-konvektorok:
= FWXV: padlon allo modell

= FWXT: falra szerelt modell

= FWXM: rejtett lzemmad

A szerelési utasitasokért 1asd:

= A h@szivattyu-konvektor szerelési kézikbnyve

= A h@szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve

= Kiegészit6 kézikbnyv az opcionalis berendezésekhez

Kiilsé kiegészité flit6elem (EKLBUHCB6W1) + megkeriil6szelep-készlet
(EKMBHBP1)

Beépitett kiegészit6 flt6elemmel nem rendelkez6 modellek esetén beszerelheti
kilsé kiegészitd fltéelemet (EKLBUHCBEW1).

A szerelési utasitasokért 1asd:
= A kils6 kiegészit6 fit6elem szerelési kézikonyve

= "A kiegészitd flt6elem csatlakoztatdsa" [» 103] (ez a szakasz részben helyettesiti
a kiegészit6 flt6elem szerelési kézikbonyvét)
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5 | Egységek és opciok

A kilsé kiegészité flitGelem beszerelésekor, bizonyos kortilmények kozott egy
megkerilGszelep-készletet is be kell szerelnie (EKMBHBP1). Lasd:

= "Mikor van sztkség megkeril&szelep-készletre?" [» 107]

= "A megkerilGszelep-készlet csatlakoztatasa" [» 108] (ez a szakasz helyettesiti a
megkerilSszelep-készlethez mellékelt Gtmutatodt)

Univerzalis kézponti vezérlé (EKCC8-W)

Vezérl6 a kaszkadolt vezérléshez.

Kétzénas készlet (EKMIKPOA vagy EKMIKPHA)

Felszerelhet egy opcionalis kétzénas készletet.

A szerelési Utmutatdsokat |asd a kétzdnas készlet szerelési kézikonyvében.
Lasd még:

= "6.2.3 Tobb szoba — Két kilép8 vizhEmérsékleti zona" [» 38]

= "Kétzdnas készlet" [» 221]

Csatlakoztatasi készlet kiilsé gyartotol szarmazé tartalyhoz (EKHY3PART)

Akkor van ra szlikség, amikor kilsé gyartétdl szarmazd tartdlyt szeretne
csatlakoztatni.

Egy termisztort, egy 3-jdratu szelepet és egy K3M véddérelé — X7M csatlakozd
szerelvényt tartalmaz.

A szerelési Utmutatdsokat |asd a csatlakoztatdsi készlet szerelési kézikbnyvében.

Csatlakoztatasi készlet beépitett termosztattal rendelkezd, kiilsé gyartotol
szdrmazo tartalyhoz (EKHY3PART2)

Készlet beépitett termosztattal rendelkezd, kilsé gyartotdl szdrmazo tartdly
csatlakoztatdsahoz. A készlet segitségével a tartdlyos termosztatos elldtds
hasznalatimelegviz-igénnyel valthato ki a kiltéri egység esetében.
Hasznalatimelegviz-tartaly

A kiltéri egységhez csatlakoztathatd egy hasznalatimelegviz-tartdly a hasznalati
meleg viz biztositasa érdekében.

Az alabbi haszndlatimelegviz-tartalyok érheték el:

Tartaly Remark
Rozsdamentes acél tartaly (normal): Beleértve a segédflitéelemet

= EKHWS150D3V3 / EKHWSP150D3V3 | Ezekhez a tartdlyokhoz elérhetd egy

EKHWS180D3V3 / EKHWSP180D3V3 opcionalis, 30 m kabelhosszusagu,
hasznalatimelegviz-tartalyhoz készllt

EKHWS200D3V3 / EKHWSP200D3V3 | fygmérseklet-érzékel§ (EKTESEL).

EKHWS250D3V3 / EKHWSP250D3V3

EKHWS300D3V3 / EKHWSP300D3V3

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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5 | Egységek és opcidk

Tartaly Remark
Rozsdamentes acél tartaly (+ Beleértve a kdvetkezéket:

alkatrészek): « Segédfiitelem

" EKHWSU150D3v3 = Az Egyesult Kirdlysdg G3 épitési
= EKHWSU180D3V3 szabalyozdsanak vald megfeleléshez
« EKHWSU200D3V3 szUkséges alkatrészek.

« EKHWSU250D3V3 Ezekhez a tartalyokhoz elérhet§ egy

opcionalis, 30 m kabelhosszusagu,

" EKHWSU300D3V3 hasznalatimelegviz-tartalyhoz készult
hémérséklet-érzékels (EKTESED).

Polipropilén tartaly: Tartaly visszafolyo szolarrendszerrel.

= EKHWP300B Az emlitett tartalyok esetében a

« EKHWP500B segédflitéelem opcidt (EKBH3SD) kell
felszerelni.
Ezekhez a tartdlyokhoz elérheté egy
opciondlis, 30 m kdbelhosszusagu,
hasznalatimelegviz-tartalyhoz készult
hémérséklet-érzékels (EKTESE2).

Polipropilén tartaly: Tartaly nyomas alatt allo

- EKHWP300PB szolarrendszerrel.

- EKHWP500PB Az emlitett tartdlyok esetében a
segédfltéelem opcidt (EKBH3SD) kell
felszerelni.

Ezekhez a tartdlyokhoz elérhet§ egy
opciondlis, 30 m kabelhosszusagu,
hasznalatimelegviz-tartalyhoz készilt
hémérséklet-érzékels (EKTESE2).

A szerelési Utmutatdsokat lasd a hasznalatimelegviz-tartdly szerelési kézikonyvében
és az opcionalis berendezések kiegészité kézikonyvében.

Kényelmi felhasznalai feliilet (BRC1IHHDA) szobatermosztatként hasznalva

= A szobatermosztdtként haszndlt kényelmi felhaszndléi felllet (HCI) csak a kiltéri
egységhez csatlakoztatott felhasznaldi felllettel egyttt hasznalhato.

= A szobatermosztdtként hasznalt kényelmi felhasznaléi fellletet (HCI) a vezérelni
kivant szobaba kell felszerelni.

A szerelési Utmutatdsokat 1dsd a szobatermosztatként haszndlt kényelmi
felhasznaldi felllet (HCI) szerelési és Gzemeltetési kézikonyvében és az opcionalis
berendezések kiegészité kézikonyvében.

Hasznalatimelegviz-tartaly homérséklet-érzékelGje (EKTESE1, EKTESE2)

Ha novelni szeretné a hasznalatimelegviz-tartdly és a kiltéri egység kozotti
maximalis tavolsagot, csatlakoztathat egy 30 m-es kdbelhosszUsagl hémérséklet-
érzékel6t.

Rozsdamentes acél tartalyok esetén EKTESE1, polipropilén tartdlyok esetén pedig
EKTESE2 csatlakoztathatd.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a hasznalatimelegviz-tartdly szerelési kézikonyvében
és az opcionadlis berendezések kiegészité kézikonyvében.

SzerelGi referencia-Utmutato
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5 | Egységek és opciok

Aramlaskapcsolé (EKFLSW2)

Ha glikolt ad a vizhez, dramldskapcsoldt is be kell szerelnie (és be kell allitania
[E-OD]=1 értékre).

A szerelési Utmutatdsokat |asd az dramlaskapcsold szerelési kézikonyvében.
Okoshalozat relékészlete (EKRELSG)

Az opcionalis okoshaldzati relékészletet nagyfesziltségl okoshaldzati csatlakozdk
(EKRELSG) esetén kell beszerelni.

Szerelési utasitasok: "9.3.14 Csatlakozas okoshaldzathoz" [» 120].

LAN-adapter az okostelefonos vezérléshez (BRP069A62)

A LAN-adapter beszerelésével egy okostelefon-alkalmazassal vezérelheti a
rendszert.

A szerelési Utmutatdsokat |asd a LAN-adapter szerelési kézikonyvében.

LAN-adapter az okostelefonos vezérléshez + az okoshaldzati alkalmazasokhoz
(BRPO69A61)

A LAN-adapter beszerelésével:
= Egy okostelefon-alkalmazassal vezérelheti a rendszert.
= Kilonféle okoshaldzati alkalmazasokban haszndlhatja a rendszert.

A szerelési Utmutatasokat lasd a LAN-adapter szerelési kézikonyvében.

5.2.2 AKklltéri egység és a hasznalatimelegviz-tartaly lehetséges kombinacioi

Kombinacios tablazat

Kiiltéri egység Hasznalatimelegviz-tartaly
EKHWS*D* | EKHWSU*D* EKHWP*  |Kiils6 gyartotol
szarmazo
tartaly
EBLAO4~08 0 0 0 ow
EDLAO4~08 0 0 0 o

@ KiilsS gyartotdl szarmazo tartaly hasznalatakor ellendrizze, hogy az megfelel-e a minimum
kovetelményeknek (lasd: "Kulsé gyartdtol szarmazo tartalyra vonatkozd
kovetelmények" [» 25]).

Kiils6 gyartotol szarmazo tartdlyra vonatkozé kovetelmények

Kilsé gyartotol szarmazd tartdly haszndlata esetén a tartdlynak a kovetkezd
kovetelményeknek kell megfelelnie:

= Atartdly h6cseréld spirdlja nem lehet 1,05 m2-nél kisebb és 3,7 m2-nél nagyobb.
= Atartaly h6mérséklet-érzékel6jének a h6cserél spiral felett kell elhelyezkednie.

= A segédflitéelemnek a hécserél§ spiral felett kell elhelyezkednie.

MEGJEGYZES
Teljesitmény. A kiils6 gyartotdl szarmazo tartalyok teljesitményadatait NEM tudjuk

megadni, és a teljesitményt NEM tudjuk garantalni.
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Ha van egy tartdlya, amelybe...

Be lehet szerelni h6mérséklet- NEM lehet beszerelni hémérséklet-
érzékelot. érzékelot.

T —J
= NS

EKHY3PART hasznalata szlkséges. EKHY3PART2 hasznalata szikséges.

a Kultéri egység
b Tartdly

A részletes szerelési Utmutatdsokat 1dsd a csatlakozokészlet szerelési
kézikbnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
26 Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



6 | Hasznalati iranyelvek

6 Haszn3a

Ebben a fe;

6.1 Attekintés:

lati iranyelvek

° INFORMACIO
l A hités csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.
ezetben

6.1 Attekintés: NaSZNAIAti IFANYEIVEK ............oveeeeeeeeeee et
6.2 A térflitési/-h(tési rendszer bedllitasa

6.2.1 Egyetlen szoba.......

6.2.2 Tobb szoba — Egyetlen kilép6 vizh6mérsékleti zona
6.2.3 Tobb szoba — Két kiléps vizhdmérsékleti zona...
6.3 Kiegészit6 héforras bedllitasa a térflitéshez

6.4 A hasznélatimelegviz-tartaly beallitasa

6.4.1 Rendszer elrendezése — Onallé HMV-tartaly..
6.4.2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének kivalasztasa....

6.4.3 Osszeallitas és konfiguralds —HMV-tartaly ....

6.4.4 HMV-szivattyl azonnali meleg vizhez
6.4.5 HMV-szivattyu fertétlenitéshez
6.4.6 HMV-szivattyu a tartaly elémelegitéséhez.

6.5 Az energiamérés beallitasa
6.5.1 Elgallitott hé
6.5.2 Felhasznalt energia ...

6.5.3 Tapelldtas-elrendezések ArammMErGVEL............ocoiiiiiiieioieieieeeee et
6.6 Az energiafogyasztds-vezérls beallitdsa

6.6.1 Folyamatos dramforrds-korlatozas ..

6.6.2 Digitalis bemeneteken keresztil aktivalt aramforras-korlatozas

6.6.3 Az dramforréds-korlatozas folyamata

6.6.4 BBR1E Aramforras-KOrATOZAS ... ...ttt

6.7 KUIsE hEMErséklet-6rzekeld DEAIIMESA. ... .ccoviiiiiiicccc e

hasznalati iranyelvek

A hasznalati irdnyelvek célja, hogy betekintést engedjen a hdszivattydrendszer

lehet&ségeibe.

MEGJEGYZES

= A haszndlati iranyelvek abrai kizadrélag referenciaként szolgalnak, és NEM
hasznalhatok részletes hidraulikai diagramként. A részletes hidraulikai méretezés

és kiegyensulyozas NINCS feltlintetve, azok a szerel6 felelGsségét képezik.

= A h@szivattyd mukodésének optimalizalasara szolgdld konfiguralasokkal

kapcsolatos tovabbi informacidk: "10 Konfiguralas" [» 125].

Ez a fejezet a kdvetkez6kkel kapcsolatos hasznalati irdanyelveket tartalmazza:
= A térf(itési/-h(itési rendszer bedllitasa

= Kiegészit6 héforrds beallitdsa a térflitéshez

= A hasznalatimelegviz-tartaly beallitdsa

= Az energiamérés beallitasa

= Az energiafogyasztas-vezérl§ bedllitasa

= Kulsé hémérséklet-érzékels beallitasa

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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MEGJEGYZES
A klimakonvektor egységek — amelyek ebben a dokumentumban "hG&szivattyu-

konvektorok" néven szerepelnek — bizonyos tipusai képesek fogadni a kiltéri egység
Uzemmodjanak bemenetét (h(té vagy fit6 X2M/3 és X2M/4) és/vagy elkildeni
kimenetként a hészivattyu-konvektor termosztatikus éllapotat (f6 zona: X2M/30 és
X2M/35; kiegészit6 zona: X2M/30 és X2M/35a).

A haszndlati irdnyelvek abrazoljak a digitalis bemenet/kimenet fogadasanak és
kildésének lehet6ségét. Ez a funkcido csak akkor hasznalhato, ha a hészivattyu
konvektor jellemz6i megfelelGek, és a jelek megfelelnek az alabbi feltételeknek:

= A kultéri egység kimenete (bemenet a hészivattyl-konvektor szamara): hltés/
flités jel=230 V (h(ités=230 V, flités=0 V).

= Bemenet a kiltéri egységbe (a hészivattyu-konvektor kimenete): termosztat BE/KI
jel=feszlltség nélkuli  kapcsolat (zart dramkor=termosztat BE, nyilt
aramkor=termosztat Kl).

6.2 A térf(itési/-h{tési rendszer bedllitasa

A hészivattyurendszer egy vagy tobb szobaban taldlhatd hdékibocsatdkhoz
tovabbitja a kilépd vizet.

Mivel a rendszer minden egyes szoba hémérsékletének szabdlyozdsara nagy
rugalmassagot biztosit, el6szor a kovetkezd kérdésekre kell valaszolnia:

= Hany szobat f(it vagy h(t a hdszivattyUrendszer?

= Milyen tipusu hékibocsatok vannak hasznélatban az egyes szobdkban, és milyen
kilépbviz-hEmérsékletre vannak tervezve?

A térfités/-h(ités kovetelményeinek meghatdrozdsat kovetben az aldbbi
Osszeadllitasi iranyelvek kdvetését ajanljuk.

MEGJEGYZES
Kils6 szobatermosztat hasznalata esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé

szobatermosztat szabalyozza. A szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges,
haa [C.2] Térfltés/-hlités=Be.

INFORMACIO

Ha kilsé szobatermosztat van hasznalatban, és minden korilmények kozott
garantalni kell a szobai fagyvédelmet, a Vésziizem [9.5.1] beallitdsa a kovetkez6k
valamelyike kell, hogy legyen:

i @

= Automatikus

* auto. TH csokkentve/HMV be
= auto. TH csokkentve/HMV ki
* auto. TH normalis/HMV ki

MEGJEGYZES
Egy nyomaskilonbség-megkerilészelep is beszerelheté a rendszerbe. Vegye

figyelembe, hogy ez a szelep nem minden esetben szerepel az abrakon.

SzerelGi referencia-Utmutato
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6.2.1 Egyetlen szoba

Padlofiités vagy radiatorok — Vezetékes szobatermosztat

Osszeadllitas

%

A 1

‘
N

A
B
a
b

FG kilépd vizhémérséklet zona

Egyetlen egy szoba

Felhasznaldi fellilet (mellékelt tartozék)
Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA)

= Ha tobb informacidt szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

= A padléfltés vagy a radidtorok kozvetlendl kapcsolddnak a kiltéri egységhez —
vagy ha van, a kilsé kiegészit6 flt6elemhez.

= A szoba hémérsékletét dedikdlt  kényelmi  felhasznaldi  felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA) szabdlyozza.
Konfiguralas

Beallitas Erték

= #:[2.9]

= Kéd: [C-07]

Egység hémérséklet-szabdlyozasa:

2 (Szobatermosztat): Az egység
mUkodésének szabalyozasa a dedikalt
kényelmi felhasznaloi feltlet
kornyezetének hémérséklete alapjan
torténik.

- #:[4.4]

= Kod: [7-02]

Vizhémeérséklet-zonak szama:

0 (Egyetlen zodna): F6

El6nyok

= Magas kényelmi és hatékonysagi fok. Az intelligens szobatermosztat-funkcio
novelheti vagy csokkentheti a kivant kilépd vizhEmérsékletet a tényleges
szobah&meérséklet alapjan (szabdlyozas). Ennek eredménye a kovetkezd:

- A kivant hémérsékletnek megfelels allandé szobah&meérséklet (magas kényelmi

fok)

- Kevesebb BE/KI

ciklus

hatékonysag)

(csendesebb  miikodés,

nagyobb kényelem

- Akilépd viz h6mérséklete a lehetd legalacsonyabb (nagyobb hatékonysag)

és
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= Egyszerli. A felhasznaloi felllet haszndlatdval egyszerlien dllithatja be a kivant
szobah&mérsékletet:

- A mindennapi igények kielégitésére el6re bedllithat értékeket és programokat.

- Ha el szeretne térni a mindennapokra jellemz6 igényektdl, lehetdsége van az
elére bedllitott értékek és programok ideiglenes felllirdsara, illetve a szlinnap
Uzemmod haszndlatara.

Padlofiités vagy radiatorok — Vezeték nélkiili szobatermosztat

Osszeadllitas

AYEA: 5

.

I b
:

N

FG kilépd vizhémérséklet zona

Egyetlen egy szoba

Felhasznaloi felilet (mellékelt tartozék)

A vezeték nélkuli kilsé szobatermosztat vevéegysége
Vezeték nélkuli kilsé szobatermosztat

AT O @P

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdasok a kiltéri egységhez" [» 92].

= A padléfltés vagy a radidtorok kozvetlendl kapcsolddnak a kiltéri egységhez —
vagy ha van, a kiilsé kiegészit6 flit6elemhez.

= A szobah&mérsékletet a vezeték nélkuli kilsé szobatermosztat szabalyozza
(EKRTRB opcionalis berendezés).

Konfigurdlas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Klils6 szobatermosztat): Az
- #:12.9] egység mikodését a kils6 termosztat
. hatarozza meg.
= Kod: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szdma: 0 (Egyetlen zodna): F6
= #: [4.4]
= Kod: [7-02]
Kils6 szobatermosztat a f6 zonara: 1(1 csatlakozd): Ha a haszndlatban
- #: [2.A] lévé kiils6 szobatermosztat
) vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
* Kod: [C-05] BE/KI feltételt tud kildeni. Nincs
elvdlasztva a fltési és a h(itési igény.
El6nyok

= Vezeték nélkili. A Daikin kulsé szobatermosztat vezeték nélkili valtozatban is
elérhetd.

= Hatékonysag. Annak ellenére, hogy a kilsé szobatermosztat kizarélag BE/
Kl jeleket kuld, kilon a hészivattydrendszerhez lett kialakitva.

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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= Kényelem. Padloflités esetén a vezeték nélkili kils§ szobatermosztat a szoba
paratartalmanak mérésével megel6zi a hiitési folyamat soran a padlén keletkezd
paralecsapddast.

Hészivattyu konvektorok

Osszeallitas

] 181 R

1
1
1
1
1
M —

o=

Bl
SER
©
.
;=

F6 kilépd vizhEmérséklet zona

Egyetlen egy szoba

Felhasznaldi feltlet (mellékelt tartozék)
H&szivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

T o W>

= Ha tobb informacidt szeretne az elektromos huzalozds kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

= A hészivattyu konvektorok kdzvetlenil kapcsolddnak a kiltéri egységhez — vagy,
ha van, a kiilsé kiegészit6 flt6elemhez.

= A kivant szobahdémérséklet a hdszivattyd-konvektorok vezérléje segitségével
allithatd be. Kiulonb6z6 szabdlyozok és bedllitdsok érheték el a hdészivattyud-
konvektorokhoz. Tovabbi informacié:

- A hészivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A hészivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis berendezésekhez

= A térflités/-hiités kommunikacios jele egy digitdlis bemeneten jut el a kiltéri
egységhez (X2M/35 és X2M/30).

= A helyiség Gzemmodd a kiltéri egység egy digitalis kimenetén keresztil jut el a
hészivattyl konvektorokhoz (X2M/4 és X2M/3).

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Kiils6 szobatermosztat): Az
- #:[2.9] egység miikodését a kilsé termosztat

) hatarozza meg.
= Kod: [C-07]

Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Egyetlen zodna): Fé

- #:[4.4]

= Kéd: [7-02]

KUlsé szobatermosztat a f6 zénara: 1(1 csatlakozd): Ha a hasznalatban
- #:[2.A] lévé kils6 szobatermosztat

vagy h@szivattyu-konvektor csak flités
BE/KI feltételt tud kildeni. Nincs
elvdlasztva a f(itési és a h(itési igény.

= Kéd: [C-05]

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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El&nyok

= Hiités. A hd@szivattyl konvektor a fltési teljesitmény mellett kivald hitési

teljesitményt is biztosit.

= Hatékonysag. Optimalis energiatakarékossag az Osszekapcsoldsi funkcidnak

koszonhetben.

= Stilusos.

Kombindcid: Padlofiités + hdszivattyu-konvektorok

= Atérfltést a kdvetkezbk biztositjak:

- A padlofiités

- A h8szivattyu konvektorok

= A térhitést kizardlag a hdészivattyl konvektorok biztositjdk. A padlofiités az

elzardszelep segitségével allithatd le.

Osszeallitas

@ EO T

Cam—
S

A F& kilépd vizhEmérséklet zdna

B Egyetlen egy szoba

a Felhasznaloi feltlet (mellékelt tartozék)
b Hdszivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

A hészivattyd konvektorok kozvetlenil kapcsolddnak a kultéri egységhez — vagy,
ha van, a kiilsé kiegészit6 flit6elemhez.

A padléfltés beszerelése el6tt egy elzardszelepet (nem tartozék) kell beszerelni a
hi{tési mlvelet sordn a padlon keletkez§ paralecsapddas megel&zése érdekében.

A kivant szobah&mérséklet a hdszivattyu-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kiulonb6z6 szabdlyozok és beallitasok érheték el a hészivattyd-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

- A h8szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A hészivattyu-konvektorok véltozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

A térflités/-hités kommunikacids jele egy digitdlis bemeneten jut el a kiltéri
egységhez (X2M/35 és X2M/30).

A helyiség Gzemmodd a kultéri egység egy digitalis kimenetén (X2M/4 és X2M/3)
keresztil jut el a kovetkez6hoz:

- A hészivattyu konvektorok

- Az elzaroszelep

SzerelGi referencia-Utmutato
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Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Klils6 szobatermosztat): Az
- #:2.9] egység miikodését a kilsé termosztat
) hatdrozza meg.
= Kéd: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Egyetlen zodna): Fd
- #:[4.4]
= Kéd: [7-02]
Kilsé szobatermosztat a f6 zénara: 1(1 csatlakozd): Ha a hasznalatban
- #:[2.A] lévé kils6 szobatermosztat
. vagy h@szivattyu-konvektor csak flités
" Kod: [C-05] BE/KI feltételt tud kiildeni. Nincs
elvdlasztva a f(itési és a h(itési igény.
El6nyok

= Hiités. A hdszivattyu-konvektorok a flitési teljesitmény mellett kivald hiitési
teljesitményt is biztositanak.

= Hatékonysag. A padloflités a hészivattydrendszerrel egyiitt nydjtja a legjobb
teljesitményt.

= Kényelem. A két hékibocsato-tipus kombindacidja a kovetkez6ket biztositja:
- A padlofiités nyujtotta kivald flitési kényelem

- A hészivattyu konvektorok nyujtotta kivald hitési kényelem

6.2.2 Tobb szoba — Egyetlen kilép& vizh6mérsékleti zona

Amennyiben csupdn egyetlen kilépd vizhEmérsékleti zéndra van szikség, mert a
hékibocsatok mindegyikének tervezett kilép6 vizhémérséklete azonos, NINCS
szlkség keverBszelep hasznalatara (koltséghatékony).

Példa: Ha a hdszivattyurendszert olyan szint flitésére haszndlja, ahol az Gsszes
szobdban egyforma hdékibocsatok vannak.

Padléfiités vagy radiatorok — Termosztatikus szelepek

A szobdk padléflités vagy radidtorok haszndlataval torténd felflitése esetén gyakori
modszer a f6 szoba hémérsékletének termosztat segitségével torténd szabdlyozasa
(ez lehet a dedikdlt kényelmi felhasznaldi felilet (BRC1IHHDA) vagy kilsé
szobatermosztat), mig a tobbi szoba hémérsékletét Ugynevezett termosztatikus
szelepek vezérlik, amelyek a szobah&mérséklettdl flggben kinyilnak vagy
elzarodnak.
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Osszeallitas

i 0 |
[ Jla ‘

1. szoba
2. szoba

To Owm>

F& kilépd vizhEmérséklet zona

Felhasznaldi feltlet (mellékelt tartozék)
Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)

= Ha tobb informaciot szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

= A6 szoba padlofiitése kozvetlendl kapcsolddik a kultéri egységhez — vagy ha van,

a klls6 kiegészit6 fit6elemhez.

= A f6 szoba hdémérsékletét

dedikdlt kényelmi felhasznaloi felllet

(szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA) szabdlyozza.

= Minden egyes tovabbi szobdban be van szerelve egy termosztatikus szelep a

padloflités eldtt.

INFORMACIO

i

Példa: tlzhelyek.

Vegye figyelembe azokat a helyzeteket, amikor a f6 szoba masik héforrassal flithetd.

Konfigurdlas

Beallitas

Erték

Egység hémérséklet-szabdlyozasa:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Szobatermosztat): Az egység
mUkodésének szabalyozasa a dedikalt
kényelmi felhasznaloi felllet
kornyezetének hémérséklete alapjan
torténik.

Vizhémérséklet-zonak szama:
- #: [4.4]
= Kod: [7-02]

0 (Egyetlen zodna): F6

El6nyok
= Egyszerli. Ugyanolyan beszerelés, mint egy szoba esetén, de termosztatikus
szelepekkel.
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Padlofiités vagy radiatorok — Tobb kiilsé szobatermosztat

Osszeadllitas

3
i
L. am

N

A [ Jla

! 0:::0

I -

F6 kilépd vizhémérséklet zona

1. szoba

2.szoba

Felhasznaloi felilet (mellékelt tartozék)
Kils szobatermosztat
Megkeril&szelep

cT O OmP>

= Ha tobb informacidt szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

= Minden szobdban be van szerelve egy elzérdszelep (nem tartozék), amely
megakadalyozza a kilépd&viz-ellatast, amikor nincs szikség flitésre vagy hitésre.

= Be kell szerelni egy megkerUl&szelepet, amely lehetévé teszi a viz keringetését,
amikor minden elzardszelep zarva van. A megbizhatd mkodés biztositdsahoz
adja meg a "8.1 A vizcsovek elSkészitése" [» 72] "A vizmennyiség és az aramlas
sebességének ellenérzése" tablazatdban megadott minimalis vizaramlast.

= A kiltéri egységhez csatlakoztatott felhasznaldi felllet hatarozza meg a helyiség
tizemmadot. Ugyeljen ra, hogy az egyes szobatermosztatokon az tizemmadot a
kiltéri egységnek megfelelGen kell bedllitani.

= A szobatermosztatok az elzardszelepekhez kapcsolédnak, és NEM kell a kiltéri
egységhez csatlakozniuk. A kiltéri egység szolgdltatja a kilépd vizet minden
esetben, a kilép& viz programozhatdsdga mellett.

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 0(Kilépb viz): Az egység
- #:[2.9] mUkodésének meghatdrozasa a kilépd
) viz h6mérséklete alapjan torténik.
= Kod: [C-07]
Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (Egyetlen zodna): Fé
- #:[4.4]
= Kod: [7-02]
El6nyok

Padléfltéssel vagy radidtorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:

= Kényelem. A szobatermosztdtok haszndlatdval bedllithatia a  kivant
szobah&mérsékletet, valamint a programokat az egyes szobak szamara.
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Hdészivattyu-konvektorok — Tobbszobas hasznalat

Osszeallitas

l [ D —
¥ Sl b !

bEooooocmalboooa

FG kilépd vizhémérséklet zona

1. szoba

2. szoba

Felhasznaloi felilet (mellékelt tartozék)
Hészivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

oo O0m>

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 92].

= A kivant szobahdmeérséklet a hdszivattyd-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kilonboz6 szabdlyozdk és bedllitdsok érheték el a hészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

- A h6szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A hd8szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

= A kiltéri egységhez csatlakoztatott felhasznaldi felllet hatarozza meg a helyiség
Uzemmadot.

= Az egyes hdészivattyl-konvektorok fltési vagy h(itési kommunikacios jelei a
kialtéri egységen, a digitdlis bemenettel parhuzamosan vannak csatlakoztatva
(X2M/35 és X2M/30). A kiltéri egység csak abban az esetben biztosit kilépSviz-
hémérsékletet, ha valéban szlikséges.

INFORMACIO

A kényelem és teljesitmény novelésének érdekében a EKVKHPC szelepkészlet opcid
felszerelését ajanljuk minden hészivattyu-konvektorhoz.

i

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Kiils6 szobatermosztat): Az
- #:[2.9] egység mikodését a kilsé termosztat

. hatarozza meg.
= Kod: [C-07]

Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Egyetlen zodna): Fé
= #:[4.4]

= Kod: [7-02]

Elonyok

A hészivattyu konvektorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:

= Kényelem. A h@szivattyu konvektorok taviranyitdjanak hasznalataval allithatja be
a kivant szobahémeérsékletet, valamint a programokat az egyes szobdk szamara.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Kombinacid: Padlofiités + hészivattyu-konvektorok — tobb szoba

Osszeadllitas

(|| 121 (& [
(4] -
()X
e
o | EEE
1 & |

FG kilépd vizhémérséklet zona

1. szoba

2. szoba

Felhasznaloi felllet (mellékelt tartozék)
Kils6 szobatermosztat
Hészivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

cT O OAOmP>

Ha tobb informdciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, 1asd: "9.3 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 92].

Minden hdészivattyd-konvektorral felszerelt szoba esetén: A hdszivattyu-
konvektorok kozvetlentl kapcsolédnak a kiltéri egységhez — vagy ha van, a kilsé
kiegészité flit6elemhez.

Minden padléflitéses szoba esetén: Két elzardészelep (nem tartozék) van
beszerelve a padlofiités eldtt:

- Egy elzarodszelep a melegvizellatas megakaddlyozasara, ha nincs igény a szoba
fltésére

- Egy elzardszelep a szobak hészivattyd konvektorral torténd hitése soran a
padlon keletkezd paralecsapddas megel&zésére.

Minden hdészivattyu-konvektorral  felszerelt szoba esetén: A  kivant
szobah&meérséklet a hészivattyu konvektorok vezérlGje segitségével allithaté be.
Kulonb6z6 szabalyozdk és bedllitdsok érheték el a hdszivattyu-konvektorokhoz.
Tovabbi informacio:

- A h6szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve

- A h6szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve

- Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis berendezésekhez

Minden padléflitéssel felszerelt szoba esetén: A kivant szobahé&mérséklet a kiilsé
szobatermosztat (vezetékes vagy vezeték nélkiili) segitségével allithatd be.

A kiltéri egységhez csatlakoztatott felhasznaloi felllet hatdarozza meg a helyiség
tzemmaodot. Ugyeljen r4, hogy az egyes kilsé szobatermosztatokon és a
hdszivattyu-konvektorok vezérl6jén az Uzemmoddot a kultéri egységnek
megfelelSen kell beallitani.

INFORMACIO

[
l A kényelem és teljesitmény novelésének érdekében a EKVKHPC szelepkészlet opcid
felszerelését ajanljuk minden hészivattyu-konvektorhoz.
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Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 0(Kilépd viz): Az egység
- #:[2.9] mUkodésének meghatdrozasa a kilépd

) viz h6mérséklete alapjan torténik.
= Kod: [C-07]

Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Egyetlen zona): Fé
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

6.2.3 Tobb szoba — Két kilépd vizhEmérsékleti zona

Ha az egyes szobakhoz kivdlasztott hdkibocsatokat kalonbozé  kilépd
vizh6mérsékletre tervezték, hasznalhat kilonbdzé kilépé vizhEGmérsékleti zéndkat
(legfeljebb 2-t).

Ebben a dokumentumban:

= F§ zona = A legalacsonyabb tervezett hémérsékletl zona fltés esetén, és a
legmagasabb tervezett h6mérsékletl zona h(ités esetén

= Kiegészit6 zéna = a legmagasabb tervezett hémérséklet(i zéna

VIGYAZAT
Ha egynél tobb kilépbviz zdéna van hasznalatban, MINDEN esetben szlkséges

kever@szelep beszerelése a f6 zonaban a kiléps viz hGmérsékletének csokkentése
(flités esetén)/novelése (hités esetén) érdekében, amikor az a kiegészit§ zona
szamara szikséges.

Jellemz6 példa:

Szoba (z6na) Hékibocsatok: Tervezett h6mérséklet
Nappali (f6 zéna) Padlofltés:

= F{tés esetén: 35°C

= H(tés esetén®: 20°C (csak frissités,
tényleges h(ités nem engedélyezett)

Haldszobak (kiegészité zéna) Hészivattyu konvektorok:
= F(ités esetén: 45°C

= H{jtés esetén: 12°C

@ H{ités lzemmaodban a padléfitést (f6 zona) a frissités (nem tényleges h(ités) biztositasahoz
engedélyezheti vagy NEM engedélyezheti. A bedllitast Iasd alabb.

Osszeallitas

Harom kétzdnas készlet rendszer-variacié lehetséges:
1 Hidraulikus levalaszté nélkili rendszer:
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2 Af6 zénahoz hidraulikus levalasztéval rendelkezd rendszer:

3 Mindkét zéndhoz hidraulikus levalasztoval rendelkezé rendszer:
E rendszer esetén a kiegészitd zondhoz kozvetlen szivattyu szikséges.

g 1 a1

Kiegészité kilépd vizhémérsékleti zona
1. szoba

2.szoba

F& kilépd vizhEmérséklet zona

3. szoba

Hdszivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

o mOMNwm>
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Dedikalt kényelmi felhasznaldi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)
Kever@szelep

Nyomasszabalyozo szelep (nem tartozék)

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

Kétzonas készlet vezérlédoboza (EKMIKPOA)

Megkerul8szelep

Hidraulikus levalaszto (nyomaskiegyenlit6-tartaly)

Kozvetlen szivattyu (a kiegészité zonahoz) (példaul egy nem vegyes szivattylcsoport
EKMIKHUA)

- T00 - Q0 T

INFORMACIO

A keverGszelep el6 nyomasszabalyozo szelepet kell szerelni. Ez garantélja a megfeleld
vizdramlast a f6 kilép& vizhémérsékleti zona és a kiegészit6 kilépd vizhEmérsékleti
z6na kozott, a két vizhémeérsékleti zona szlikséges teljesitményétsl fliggben.

i @

= Be kell szerelni egy megkeril&szelepet, amely lehetévé teszi a viz keringetését,

amikor minden elzarészelep zdrva van. A megbizhatd mUikodés biztositdsdhoz
adja meg a "8.1 A vizcsovek elGkészitése" [P 72] "A vizmennyiség és az aramlas
sebességének ellendrzése" tdblazatdban megadott minimalis vizaramlast.

= A kiegészitd zona esetén:

- A hészivattyu-konvektorok kozvetlentl kapcsolédnak a kultéri egységhez —
vagy, ha van, a kiegészité ft6elemhez

- A kivant szobah&mérséklet a hdszivattyu-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kilonbdz6 szabdlyozdk és bedllitdasok érhet6k el a hészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

A hészivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
A hészivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikbnyve
Kiegészit6 kézikonyv az opcionadlis berendezésekhez

- Az egyes hdszivattyu-konvektorok fltési vagy h(tési kommunikacids jelei a
kiltéri egységen, a digitalis bemenettel parhuzamosan vannak csatlakoztatva
(X2M/35a és X2M/30). A kiltéri egység csak abban az esetben biztositja a
kivant, tovabbi kilépdviz-hémérsékletet, ha az valdban szikséges.

= A kiltéri egységhez csatlakoztatott felhasznaldi felllet hatarozza meg a helyiség

tizemmadot. Ugyelien ra, hogy az egyes hészivattyu-konvektorok vezérlgjén az
Uzemmodot a kiltéri egységnek megfelelGen kell bedllitani.

Konfigurdlas

Beallitas

Erték

Egység hémérséklet-szabalyozasa:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Szobatermosztat): Az egység
mikodésének szabalyozdsa a dedikalt
kényelmi felhasznalodi feltlet
kornyezetének hémérséklete alapjan
torténik.

Megjegyzés:
= F§ szoba = szobatermosztatként
hasznalt dedikalt kényelmi

felhasznaldi feltlet funkcio

= Tobbi szoba = kilsé szobatermosztat
funkcid

Vizhémérséklet-zonak szdma:
= #:[4.4]

= Kéd: [7-02]

1 (Kett6s zodna): F6+kiegészits

SzerelGi referencia-Utmutato
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Beallitas

Erték

Hdszivattyu konvektorok esetén:
Kils6 szobatermosztat a kiegészité
zénara:

- #:[3.A]

= Kod: [C-06]

1(1 csatlakozd): Ha a haszndlatban
lévd kiilsé szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
elvdlasztva a f(itési és a hiitési igény.

= #:[9.P.1]
= Kod: [E-OB]

Beszerelt kétzonas készlet:

2 (Igen): Kétzénas készlet van
beszerelve egy kiegészité hEmérsékleti
z6na hozzdadasa érdekében.

Kétzénds rendszer tipusa:
= #:[9.P.2]
= Kéd: [E-0C]

0 (Hidraulikus levalaszté
nélkul/kozvetlen szivattyd
nélkiil)

1 (Hidraulikus levalasztdéval/
kdézvetlen szivattyu nélkil)

2 (Hidraulikus levalasztéval/
kézvetlen szivattyuval)

(Lasd a fentiekben leirt 3
rendszervarianst)

Elzardszelep-kimenet

A f6 zona héigényének kdvetésére
bedllitva.

Elzérészelep

Ha a f6 zénat el kell zarni a h(ités méd
soran a padldén keletkezé
paralecsapddds megel6zése érdekében,
ennek megfelel6en allitsa be.

Tovabbi informacidk a kétzonas készlet bedllitdsaval kapcsolatban: "Kétzénas

készlet" [» 221].
Elényo6k

= Kényelem.

- Az intelligens szobatermosztat-funkcid novelheti vagy csokkentheti a kivant
kilép& vizhEmérsékletet a tényleges szobahémérséklet alapjan (szabalyozas).

- A két hékibocsatd rendszer kombinacidja a padloflités kivalo fltési, illetve a
hdszivattyu-konvektorok kivald hitési kényelmét biztositja.

= Hatékonysag.

- Az igénytdl fuggben a kiltéri egység a kilonbozé hékibocsatok tervezett
hémérsékletének megfeleld kilépd vizhEmeérsékletet biztosit.

- A padlofiités a hdszivattyurendszerrel egyltt nyUjtja a legjobb teljesitményt.

6.3 Kiegészité héforras beallitasa a térflitéshez

INFORMACIO

i @

lehetséges:

A bivalens m(ikodés csak 1 kilép6 vizhEmérsékleti zona esetén, a kovetkezbvel

= szobatermosztatos szabdlyozas, VAGY

= klls§ szobatermosztatos szabalyozas.
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= Atérfltés a kovetkezbvel biztosithato:
- Akultéri egység
- Egy rasegitd vizmelegité (nem tartozék) van a rendszerhez csatlakoztatva

= Amikor a rendszer fltést kér, a kultéri egység vagy a rasegit6 vizmelegitd a kiltéri
hémérséklettél (a kulsé héforrasra torténd atdllas allapotatdl) fliggben lép
mUikodésbe. Amikor a rasegité vizmelegité megkapja az engedélyt, a kiltéri
egység kikapcsolja a térflitést.

= A bivalens mlkodés csak akkor lehetséges, ha:
- A térfdtést BE van kapcsolva, és
- A HMV-tartaly m(ikodtetése Kl van kapcsolva.

= A hasznalati meleg vizet minden esetben a kultéri egységhez csatlakoztatott
HMV-tartaly allitja el6.

INFORMACIO

= A hészivattyu flitési tzemmadja soran a hészivattyl a tavirdnyito segitségével
bedllitott, kivant hémérséklet elérése céljabol mikodik. Ha az id&jarasfluggs
Uzemmodd  aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatdrozza a
vizhémérsékletet a kultéri hémérséklet fuggvényében.

i

= A rédsegit6 vizmelegitd flitési Gzemmaddja sordn a rasegitd vizmelegit6 a vezérlGje
segitségével beadllitott, kivant vizh6mérséklet elérése céljabol miikadik.

Osszeadllitas

= A rdsegit6 vizmelegit6t a kovetkezdképpen épitse be a rendszerbe:
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F& kilépd vizhémérséklet zona

Egyetlen egy szoba

Felhasznaldi felllet (mellékelt tartozék)

Dedikalt kényelmi felhasznaldi fellilet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)
Nem visszaereszt6 szelep (nem tartozék)

Elzérdszelep (nem tartozék)

Rasegit6 vizmelegits (nem tartozék)

Termosztatszelep (nem tartozék)

MEGJEGYZES
= Ugyeljen ra, hogy a rasegité vizmelegité és annak a rendszerbe vald beszerelése

megfeleljen a vonatkozd jogszabalyoknak.

-0 Q0 TV D>

= A Daikin nem vallal felel6sséget a rasegité vizmelegité rendszer hibds és nem
biztonsagos tizembe helyezéséért.
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= Biztositsa, hogy a h@szivattyuba visszatérd viz hémérséklete NEM haladja meg a
60°C-ot. Ennek érdekében:

- A rasegitd vizmelegit vezérlGjének segitségével allitsa a kivant vizhémérsékleti
maximumot 60°C-ra.

- Szereljen termosztatszelepet a hészivattyl visszatérd vizének vezetékébe. Ugy
allitsa be a termosztatszelepet, hogy a 60°C folotti hémérsékleten zaruljon be,
illetve 60°C alatt nyiljon ki.

= Nem visszaeresztd szelepeket szereljen be.

= A kUltéri egység gyarilag fel van szerelve taguldsi tartéllyal. Bivalens mdkodés
esetén azt is ellendrizze, hogy van-e tdguldsi tartdly a rasegité vizmelegité
korében. Egyébként ha bivalens mikddés kdozben a termosztatszelep zar, akkor a
tovabbiakban nem lenne tagulasi tartaly a vizkérben.

= Szerelje be a digitalis KI/BE PCB-t (EKRP1HBAA opcid).

= Csatlakoztassa az X1-et és az X2-t (atallas kilsé héforrasra) a digitalis KI/BE PCB-n
a rasegité vizmelegitéhoz. Lasd: "9.3.11 A killsé hdéforrasra vald atallas
csatlakoztatdsa" [» 117].

= A hékibocsatok bedllitdsaval kapcsolatban lasd: "6.2 A térflitési/-h(itési rendszer
beallitasa" [» 28].

Konfigurdlas

A felhasznaldi fellleten (konfiguralas varazslén) keresztl:

= A bivalens rendszer bedllitdsa kilsé h&forrasként torténd hasznalatra.

= A bivalens h6mérséklet és hiszterézis beallitasa.

= Allitsa az izemmaodot csak térf(itésre (a tartaly ne tizemeljen).

MEGJEGYZES
= Ugyeljen arra, hogy a bivalens hiszterézis elegendd kiildnbézettel rendelkezzen a

kiltéri  egység és a rasegitd vizmelegit6 kozotti gyakori atdllas
megakadalyozasahoz.

= Mivel a kultéri hémérsékletet a kiltéri egység levegbhdmérséklet-érzékelbje
érzékeli, a kiltéri egységet arnyékos helyre kell szerelni, hogy ne kapcsolja BE/KI,
illetve ne befolyasolja a kozvetlen napfény.

= A gyakori atallds a rdsegité vizmelegité korrézidjahoz vezethet. Tovabbi
informaciokért forduljon a rasegit6 vizmelegité gyartojahoz.

A kiils6 forrasra torténd atallasrol egy segédkontaktus dont

= Kizarolag kiilsé szobatermosztat-vezérlés ES egyetlen kilép vizhémeérsékleti zdna
esetén lehetséges (lasd: "6.2 A térflitési/-h(tési rendszer bedllitasa" [» 28]).

= Ez a segédkontaktus lehet:
- Egy kaltéri h6mérsékleti termosztat
- Egy elektromos dijszabasi kontaktus
- Egy kézi vezérlésl kontaktus

= Bedllitas: Csatlakoztassa a kovetkez§ vezetékeket:
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L
Outdoor
Outdoor/Auto/Boiler X2M BT
K1A K2A

B, Vizmelegit6-termosztat bemenet
A Segédkontaktus (alaphelyzetben zart)
H Ftésszabalyozo szobatermosztat (opcionalis)
K1A Segédrelé a kiltéri egység bekapcsolasahoz (nem tartozék)
K2A Segédrelé a vizmelegits aktivalasdhoz (nem tartozék)
Outdoor Kultéri egység
Auto Automatikus
Boiler Vizmelegit6

A rasegit6 gazkazan célh6mérséklete

A vizcsovek befagydsat megel6zendd a rdsegité gazkazanhoz vagy >55°C-on
rogzitett célhémeérsékletet kell beadllitani, vagy egy 2T, id&jarasfiggd
célhémeérsékletet.

Tmin (°C)
60

50

40

30

20

-30 25 20 15 10 -5 0 5
Ta (°C)

T

min

Kaltéri hémérséklet
A rdsegit6 gazkazan id6jarasfiggs célhémérsékleti minimuma

a

T

6.4 A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

6.4.1 Rendszer elrendezése — Onallé HMV-tartély

(|| 1)

A\

v

B

<
<
»
| o

@K
o
I\
A
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6.4.2 A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztasa

Az emberek 40°C hémérsékleten érzékelik forrénak a vizet. Ezért a HMV-fogyasztas

minden esetben azonos mennyiségl, 40°C hdémérsékletd viz formajaban van

kifejezve. A HMV-tartdly hémérséklete bedllithatd magasabb értékre (példaul:

53°C), amely aztan hideg vizzel keveredik (példaul: 15°C).

A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztdsa az aldbbi

lépésekbdl all:

1 A HMV-fogyasztas meghatarozasa (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg
viz).

2 A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének meghatarozasa.

A HMV-fogyasztds meghatarozasa

Valaszoljon a kovetkez& kérdésekre, és szamitsa ki a HMV-fogyasztast (azonos
térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg viz) a jellemzé vizmennyiségek alapjan:

Kérdés Jellemz6 vizmennyiség
Naponta hany zuhanyzds varhaté? 1 zuhanyzds=10 percx10 I/min=100 |
Naponta hany flrd6 varhaté? 1 furd6=150|
Mennyi vizre van szikség a konyhai 1 mosogatas=2 percx5 I/min=10 |
mosogatdban naponta?
Van egyéb hasznalatimelegviz-igény? —

Példa: Ha egy csalad (4 személy) napi HMV-fogyasztasa a kovetkez6:
= 3 zuhany

= 1furdé

= 3 mosogatényi mennyiség

Akkor a HMV-fogyasztas=(3x100 |)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

A HMV-tartaly méretének és kivant hdmérsékletének meghatdrozasa

Képlet Példa

V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Ha:

= V,=180 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Akkor V,=280 |
V,=V, x(40-T,)/(T,-T,) Ha:

- V,=480 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Akkor V,=307 |

V, HMV-fogyasztds (azonos térfogatl, 40°C hémérsékletl meleg viz)
V, AHMV-tartaly sziikséges térfogata, ha egyszer melegitik fel
T, HMV-tartdly h6mérséklete
T, Hidegviz h6mérséklete
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Lehetséges HMV-tartadlyméretek

Tipus Lehetséges méretek
Onélld HMV-tartaly = 1501
= 180
= 200!
= 250

=300 19 (a polipropilén tartaly
kompatibilis a szolarkészlettel)

= 500 |® (kompatibilis a szolarkészlettel)

@ Ezeknél a modelleknél ellenérizze a 40°C hémérséklet(i meleg viz megfeleltetett térfogatat
a taroldtartdly adatkdnyvében.

Energiatakarékossagi tippek

Ha a HMV-fogyasztas naponta valtozd, programozhat hetes Utemezést, minden
napra mas kivant HMV-tartalyhémérséklettel.

Minél  alacsonyabb  a HMV-tartadly  kivant ~ hdmérséklete,  annal
koltséghatékonyabb. Nagyobb HMV-tartdly valasztasdval csokkenthet§ a tartaly
kivant hémérséklete.

Maga a hdszivattyu legfeljebb 55°C (alacsony kultéri h6mérséklet esetén ennél
alacsonyabb) hémérsékletli hasznalati meleg viz elSallitasdra  képes.
A hészivattylba épitett elektromos ellendllds novelheti a hémérsékletet. Ez
azonban nagyobb  energiafogyasztdssal jar. A HMV-tartdly  kivant
hémeérsékletének beallitdsat 55°C alatti hGmérsékletre ajanljuk az elektromos
ellenallds hasznalatanak elkerllése érdekében.

Minél magasabb a kiltéri hémérséklet, anndl jobb teljesitményt nyujt
a hdszivattyu.

- Ha az energiadrak nappal és éjszaka is egyformak, azt ajanljuk, hogy a HMV-
tartdlyt nappal melegitse fel.

- Ha az energiadrak éjjel alacsonyabbak, azt ajanljuk, hogy a HMV-tartalyt éjszaka
melegitse fel.

Amikor a h@szivattyu hasznalati meleg vizet allit eld, a teljes fltési igénytdl és a
programozott prioritdsi beallitastél flggben eléfordulhat, hogy nem képes
térfitésre. Amennyiben haszndlati meleg vizre és térflitésre egyszerre van
szUksége, azt javasoljuk, hogy a haszndlati meleg vizet az éjszaka folyaman allitsa
el6, amikor kisebb szlikség van a térflitésre, vagy akkor, amikor senki sem
tartézkodik az éplletben.

6.4.3 Osszedllitas és konfiguralds —"HMV-tartaly

Nagy HMV-fogyasztas esetén a HMV-tartaly naponta tobbszor is felmelegithetd.

A HMV-tartdly kivant hdémérsékletre torténs felflitésére a kovetkezd
energiaforrasok hasznalhatok:

- A h8szivattyu termodinamikai ciklusa

- Elektromos segédfitGelem

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Tovabbi informacidk a kovetkezékrdl:

A haszndlati meleg viz el@allitdsdhoz  szlkséges  dramfogyasztas
optimalizalasaval kapcsolatban lasd: "10 Konfiguralds" [» 125].

Az 6nalld HMV-tartdly elektromos vezetékeinek a kiltéri egységhez torténd
csatlakoztatdsaval kapcsolatban 1dsd a HMV-tartdly szerelési kézikdnyvét és az
opciondlis berendezések kiegészit6 kézikbnyvét.

- Az 0ndllé HMV-tartaly vizcsdveinek a  kiltéri  egységhez  torténd
csatlakoztatdsaval kapcsolatban 1dsd a HMV-tartdly szerelési kézikonyvét.

- A minimalis vizmennyiségigény optimalizdldsa a tartdly el6fltési funkcidjanak
hasznalataval:

A vizkoérre vonatkozd koévetelményeket ldsd: "8.1.3 A vizmennyiség és az
aramldsi sebesség ellenérzése" [» 75].

Rozsdamentes acéltartdly (EKHWS*D*) esetében a "6.4.6 HMV-szivattyu a
tartdly elémelegitéséhez" [» 48] szakaszban ismertetett kiegészit§
alkatrészeket kell beszerelni.

Polipropilén tartaly esetében (EKHWP*) a segédfiitéelem opcidt (EKBH3S) kell
beszerelni.

6.4.4 HMV-szivattyl azonnali meleg vizhez

INFORMACIO

o
l Ez a témakor egy alkalmazasi példat mutat be rozsdamentes acéltartalyok
(EKHWS*D*) esetében.

Osszeadllitas

B
D>

=1. =
alS)|e A J
=9

»
>

-h
N
U

_________

@B

_______________

Hasznalatimelegviz-tartaly

Hidegviz BE

Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Keringetés csatlakozasa

Motoros 3 utas szelep (nem tartozék)

-0 Q. n T QO

= Egy HMV-szivattyu csatlakoztatdsaval azonnal meleg viz all rendelkezésre a
csapbol.

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel6sségét képezi. Az
elektromos  huzalozadssal kapcsolatos informaciokért  lasd:  "9.3.8 A
hasznalatimelegviz-szivattyu csatlakoztatdsa" [» 115].

= A keringetés csatlakozasdval kapcsolatban tovdbbi informacidkat a
hasznalatimelegviz-tartdly szerelési kézikonyvében talal.
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Konfiguralas

= Tovabbi informacié: "10 Konfiguralds" [» 125].

= A tadvirdnyitd segitségével programozhat Utemezést a HMV-szivattyl vezérlésére.
Tovabbi informacidkat a felhasznaldi referencia-Utmutatéban talal.

6.4.5 HMV-szivattyu fertétlenitéshez

IN

°
l Korlatozas: Csak rozsdamentes acéltartaly (EKHWS*D*) esetén alkalmazhato.

FORMACIO

Osszeallitas

(]| 121

\ 4

\ 4

#

)
O

()]

-0 Q. n T O

g

Hasznalatimelegviz-tartaly

Hidegviz BE

Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
Motoros 3 utas szelep (nem tartozék)
HMV-szivattyd (nem tartozék)
Flt6egység elem (nem tartozék)

Nem visszaereszt6 szelep (nem tartozék)

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel6sségét képezi. Az

elektromos
hasznalatim

huzalozdssal kapcsolatos informaciokért 1asd: "9.3.8 A
elegviz-szivattyu csatlakoztatasa" [» 115].

= Ha a vonatkozd jogszabalyok a tartdly maximalis célhémérsékleténél magasabb
hémérsékletet irnak el6 a fert6tlenitéshez (lasd a helyszini bedllitdsok
tablazatédnak [2-03] pontjat), a fenti médon csatlakoztathat egy HMV-szivattyut
és egy flt6elemet.

= Ha a vonatkozo jogszabalyok a ledgazdpontig irjak el6 a vizcsovek fert6tlenitését,
szlikség esetén a fenti mddon csatlakoztathat HMV-szivattyut és flit6elemet.

Konfiguralas

A kiltéri egység képes a HMV-szivattyd muikodésének vezérlésére. Tovabbi
informacid: "10 Konfigurdlas" [» 125].

6.4.6 HMV-szivattyu a tartaly el6émelegitéséhez

* INFORMACIO
l Korlatozas: Csak rozsdamentes acéltartaly (EKHWS*D*) esetén alkalmazhato.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Osszeallitas

(|| 121

v

T
v

»
>

_________

_____________

G-

Hasznalatimelegviz-tartaly

Hidegviz BE

Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
Motorizalt 3-jaratu szelep (nem tartozék)
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Visszacsapd szelep (nem tartozék)

-~ QO n T O

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel6sségét képezi. Az
elektromos  huzalozdssal kapcsolatos informaciokért lasd:  "9.3.8 A
hasznalatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa" [» 115].

Beallitas

A kiltéri egység képes a HMV-szivattyd mikodésének vezérlésére. Tovabbi

informacié: "10 Konfiguralas" [» 125].

6.5 Az energiaméres beallitasa

= Atdvirdnyité segitségével a kbvetkez§ energiaadatokat olvashatja le:
- El&allitott hé
- Felhasznalt energia
= Energiaadatokat olvashat le:
- Atérflitéshez
- Atérh(téshez
- Hasznalati meleg viz el6allitasahoz
= Energiaadatokat olvashat le:
- Két éranként (az elmult 48 érara vonatkozoan)
- Naponta (az elmult 14 napra vonatkozdan)
- Havonta (az elmult 24 hénapra vonatkozdan)

- Osszesitett adat a felszerelés 6ta

INFORMACIO

o
l A szamitott elGallitott hé és felhasznalt energia becsilt érték, pontossdguk nem
garantalhato.
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6.5.1 ElGallitott hd

INFORMACIO

A termelt hé kiszamitasara szolgald érzékel6k kalibracioja automatikusan torténik.

i @

INFORMACIO

Ha a rendszerben ([E-0D]=1]) glikol taldlhato, NEM lesz kiszamitva az elallitott hé, és

i @

nem is jelenik meg a felhasznaldi feltleten.

= Az elGallitott hé belsé szamitasa a kovetkez alapjan torténik:

- Akilépd és belépb viz hEmérséklete

- Az dramlas sebessége

- A segédflitéelem energiafogyasztasa (ha van) a hasznalatimelegviz-tartalyban
= Osszedllitas és konfiguracio:

- Nincs sziikség tovabbi berendezésre.

- Ha a rendszerben van segédf(itéelem, mérje meg a teljesitményét
(ellendlldasmérés), és allitsa be a teljesitményt a taviranyito segitségével. Példa:
Ha 17,1 Q értéket kap a segédflitéelem ellendllasdanak mérésekor, a flitelem
teljesitménye 230 V feszlltségnél 3100 W.

6.5.2 Felhaszndlt energia

A kovetkez6 modszereket veheti igénybe a felhasznalt energia kiszamitdsara:

= Szamitas
= Mérés
. INFORMACIO
l Nem kombinalhatja a felhasznalt energia kiszamitasat (példaul: a kiegészitd

fitGelemét, ha van) és a felhaszndlt energia mérését (példaul: a kultéri egységét).
Ebben az esetben az energiaadatok érvénytelenek lennének.

A felhasznalt energia kiszamitasa
= A felhasznalt energia bels6 szamitasa a kovetkez§ alapjan torténik:
- A killtéri egység tényleges aramfelvétele

- A kiegészité flt6elem (ha van) és a segédfiitéelem (ha van) bedllitott
teljesitménye

- Afeszlltség

= Osszedllitds és konfiguracid: A pontos energiaadatok érdekében, mérje meg a
teljesitményt (ellendlldsmérés), és dllitsa be azt a taviranyitd segitségével a
kévetkez6k szamara:

- Akiegészit flitGelem (1. és 2. 1épés) (ha van)

- A segédfiitéelem (ha van)

A felhasznalt energia mérése

= A nagyobb pontossdg miatt ez a leggyakrabban hasznalt modszer.

= Kils6 arammeérdk sziikségesek.

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Osszedllitds és konfiguralds: Ha elektromos drammérét hasznal, allitsa be az
impulzusok szama/kWh értéket az egyes mérék szamara a felhaszndldi felllet

segitségével.
. INFORMACIO
l Az energiafogyasztas mérésekor, bizonyosodjon meg a rendszer TELJES
aramfelvételét lefedik az elektromos darammérdk.

6.5.3 Tapellatas-elrendezések darammérbvel

1 drammérd. Az alabbi esetekben csak 1 olyan drammérdére van szliksége, amely az
egész rendszert méri (a kompresszormodult, a hidromodult, a kiegészit§
flt6elemet és a segédflitbelemet):

= Normal kWh-dijszabdsu elektromos dram

= Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram kilén normdl kWh-dijszabasu
elektromos dram NELKUL

Aramméré Leiras

1 Mérés: Teljes rendszer
Csatlakozas: X5M/5+6
Aramméré tipusa:

= Haromfdzisu arammérd, ha az aldbbi feltételek egyike
teljesil:

- A kllsé kiegészité fit6elem (ha van) 3N~ tapellatasu

= Egyfazisi aramméré minden mas esetben.

2 dramméré. Kedvezményes kWh dijszabasu elektromos dram ES kilén normal
kWh dijszabasu elektromos aram esetén 2 drammerd sztkséges.

Aramméré Leiras
1 Mérés”: Hidromodul, kiegészits fitéelem (ha van) és

segédfltéelem (ha van)
Csatlakozas: X5M/5+6
Aramméré tipusa:

= Haromfdazisu darammérd, ha a kilsé kiegészité flit6elem be
lett szerelve, és 3N~ tapelldtds haszndlatdhoz van
konfiguralva.

= Egyfazisi arammérdé minden mas esetben.

2 Mérés””: Kompresszormodul
Csatlakozas: X5M/3+4

Aramméré tipusa: Egyfazisi aramméré a kiiltéri egység
tapellatasatol fuggden.

@ A szoftverben a két dramméré fogyasztasi adatainak dsszege jelenik meg, fgy NINCS
szUkség annak beallitdsara, hogy melyik méré melyik fogyasztast méri.

Kivételes esetek. Abban az esetben is hasznalhat masodik arammérét, ha:
- Ha egyetlen méré mérési tartomanya nem elegendé.
- Az drammérdt nem lehet kdnnyen beszerelni az elektromos szekrénybe.

- 230 V-os és 400 V-os, haromfazisu haldzatok kombinaciéja esetén (nagyon
ritka), az aramméré miszaki korlatjai miatt.
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Példak normal kWh-dijszabdasu elektromos dram esetében

1 drammérd elegendd.

Kultéri egység (IN~) beépitett kiegészits flitéelemmel (1N~)

=> b: Egyfazisi dramméré

Kultéri egység (IN~) + klils6 kiegészits flitGelem (LN~ vagy 3N™)

=>b/b*: Egy- vagy haromfazisi drammérd (a kulsé kiegészits fitéelemtdl
flggben)

3N~

Kultéri egység
Hasznalatimelegviz-tartaly
Kils6 kiegészité flitGelem
Elektromos szekrény: Normal kWh-dijszabasu elektromos aram
Aramméré
Tuldram-biztositék
Kompresszormodul
Hidromodul

Kiegészit flitGelem
SegédfiitGelem

M -~ Q20 TV OW> %
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Példak kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram esetén kiilon normal
kWh-dijszabast elektromos aram NELKUL

1 dramméré elegendd.

Kultéri egység (IN~) beépitett kiegészits flitéelemmel (1N™)

=>b: Egyfazisu arammérd

Kaltéri egység (IN~) + kilsé kiegészit6 fitGelem (IN~ vagy 3N™)

=>b/b*: Egy- vagy haromfazisi dramméré (a kilsé kiegészits flitGelemtdl
flggben)

3N~

Kultéri egység

Hasznalatimelegviz-tartaly

Kils6 kiegészité flitGelem

Elektromos szekrény: Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram
Aramméré

Tuldram-biztositék

Kompresszormodul

Hidromodul

Kiegészité flitGelem

Segédf(itéelem

Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos dramkor csatlakozoja

VMM -~® 0 T OE> *

(%]
=
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Példak kedvezményes kWh-dijszabast elektromos aram ES kiilon normal kWh-
dijszabasu elektromos aram esetén

2 drammérd sziikséges.

Kultéri egység (IN~) beépitett kiegészits flitéelemmel (1N~)

=>b1: Egyfazisu drammérg

’

[eN

=>b2: Egyfazisu drammér

T X5M/9+10 &

s

Kultéri egység (IN~) + klilsé kiegészits fitGelem (LN~ vagy 3N™)

=>b1/b1*: Egy- vagy hdromfazisi dramméré (a kilsé kiegészitd fitGelemtdl
flggben)

’

Or

=>b2: Egyfazisi darammér

Dd De

[ T X5M/9+10 &

3N~

Kultéri egység

Hasznalatimelegviz-tartaly

Kuls6 kiegészité flit6elem

al Elektromos szekrény: Normal kWh-dijszabasu elektromos aram
a2 Elektromos szekrény: Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram
bl 1.3dramméré

b2 2.aramméré

¢ Tuldram-biztositék

d Kompresszormodul

e Hidromodul

f Kiegészitd flitGelem

g

S

O®> *

Segédflitéelem
Kedvezményes kWh-dijszabdasu elektromos daramkor csatlakozdja
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6.6 Az energiafogyasztas-vezérld beallitasa

A kovetkezd energiafogyasztds-vezérlSket veheti igénybe. A hibdval kapcsolatos
tovabbi informacidkért lasd: "Energiafogyasztas-vezérlé" [» 211].

# Energiafogyasztas-vezérlo

1 |"6.6.1 Folyamatos daramforrds-korlatozas" [» 55]

= A teljes hdszivattydrendszer (a kultéri egység és ha van, a kiegészité
ft6elem) fogyasztasanak korlatozdsat teszi lehetévé egyetlen dallando
bedllitdssal.

= Energiakorldtozas — teljesitmény (kW) vagy dramerd@sség (A).

2 |"6.6.2 Digitalis bemeneteken keresztil aktivalt aramforras-
korldtozas" [» 56]

= A teljes hészivattyldrendszer (a kiltéri egység és ha van, a kiegészité
flt6elem) fogyasztasdnak korlatozasat teszi lehetévé 4 digitalis
bemenettel.

= Energiakorlatozas — teljesitmény (kW) vagy daramerdsség (A).

3 |"6.6.4 BBR16 aramforras-korlatozas" [» 58]
= Korlatozas: Csak svéd nyelven érhetd el.

= Lehet6vé teszi a BBR16 szabdlyozasoknak (svéd energiaszabdlyozasok)
valé megfelelést.

= Energiakorldtozas — teljesitmény (kW).

= Kombinalhato a tobbi kW-alapu energiafogyasztas-vezérlével. Ha igy tesz,
az egység a legszigorubb vezérlést fogja hasznalni.

MEGJEGYZES
A hdszivattyura az ajanlottnal alacsonyabb névleges aramerdsség kiilsé biztositékot

is fel lehet szerelni. Ehhez mdodositania kell a [2-0E] helyszini beallitast aszerint, hogy
legfeljebb mekkora erésségli aram vezethetd a hészivattyuba.

Vegye figyelembe, hogy a [2-OE] helyszini beallitas felllirja az energiafogyasztas-
vezérl6 minden mas beadllitasat. A hdszivattyd dramerGsségének korlatozasa
csokkenteni fogja a teljesitményt.

MEGJEGYZES
Allitson be +3,6 kW minimdlis dramfogyasztasi értéket a kdvetkezék érdekében:

= A jégmentesités Uzemmad biztositasara. Ellenkez6 esetben, ha a jégmentesités
tobbszor is megszakad, a hGcseréld befagyhat.

= A térf(ités és a HMV-elGallitas biztositasahoz legaldbb egy elektromos flitGelem
engedélyezésével (1. fokozatu kiegészits flitéelem vagy segédfiitGelem).

6.6.1 Folyamatos aramforras-korlatozas

A folyamatos aramforrds-korldtozas a rendszer maximalis feszlltség- vagy
aramer@sség bemenetének biztositdsa érdekében hasznos. Bizonyos orszagokban
jogszabalyok  korldtozzak a  térflités és a HMV-elGallitds maximalis
aramfogyasztasat.
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Pi
DI =

t

P, Aramforras-bemenet

t 1d6
DI Digitélis bemenet (dramforras-korlatozasi szint)
a Aramforras-korlatozas aktiv

b Tényleges aramforras-bemenet

Osszeallitas és konfiguralas

= Nincs szlkség tovabbi berendezésre.

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [9.9] a felhasznaléi fellilet segitségével
(lasd: "Energiafogyasztas-vezérlg" [» 211]):

- Vdlassza a folyamatos korldtozas médot
- Vdlassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy dramerd@sség (A))

- Allitsa be a kivant dramforras-korlatozasi szintet

6.6.2 Digitdlis bemeneteken keresztll aktivalt dramforrds-korlatozas

Az dramforras-korlatozas energiagazdalkodasi rendszerrel kombinalva is hasznos.

A teljes Daikin-rendszer teljesitménye vagy aramforrdsa digitdlis bemeneteken
keresztil, dinamikusan van korlatozva (legfeljebb négy Iépés). Az egyes daramforrds-
korldtozasi szintek a tavirdnyitd segitségével dllithatéak be, a kovetkezbk egyikének
korldtozasaval:

= Jelenlegi (A)

= Teljesitményfelvétel (kW)

Az energiagazdalkodasi rendszer (nem tartozék) dont egy bizonyos dramforras-
korldtozasi szint aktivalasardl. Példa: A teljes hdz maximalis dramanak (vilagitas,
haztartasi készilékek, térfités...) korladtozasa.

Beépitett kiegészits flitelemmel rendelkezé modellek
Kulsé kiegészité fitGelemmel

Kultéri egység

Kilsé kiegészitd fitéelem

Hasznalatimelegviz-tartaly

Energiagazdélkodasi rendszer

Aramforras-korlatozasi szint (4 digitalis bemenet)
Kiegészits fitéelem

Segédfiitéelem

1
2
A
B
C
D
a
b
c
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Pi
a
DI |- //
DI3
b
DI4 /
»t
P, Aramforras-bemenet

t 1d6
DI Digitélis bemenetek (aramforras-korlatozasi szintek)
a Aramforras-korlatozas aktiv

b Tényleges aramforras-bemenet

Osszeallitas
= Kommunikacios PCB (EKRP1AHTA opcid) sziikséges.

= Legfeljebb négy digitdlis bemenet haszndlatdval aktivdlhaté a megfeleld
aramforrds-korlatozasi szint:

- DI1=leger6sebb korldtozas (legkisebb energiafogyasztas)

- Dl4=leggyengébb korldtozds (legmagasabb energiafogyasztas)
= Adigitalis bemenetek (DI) mdszaki jellemzéi:

- DI1: S9S (korlatozas 1)

- DI2:S8S (korlatozas 2)

- DI3: S7S (korlatozas 3)

- DI4: S6S (korlatozas 4)

= Tovabbiinformacidért |asd a kabelezési rajzot.

Konfigurdlas

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [9.9] a felhasznaldi feliilet segitségével
(az 6sszes bedllitas leirdsa: "Energiafogyasztas-vezérlg" [» 211]):

- Vdlassza a digitdlis bemeneteken keresztili korldtozast.
- Vdlassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy daramer@sség (A)).

- Allitsa be az egyes digitdlis bemeneteknek megfeleld, kivant 4ramforras-
korlatozasi szintet.

INFORMACIO

[ J
l Abban az esetben, ha (egyszerre) tébb mint 1 digitalis bemenet van zdarva, a digitalis
bemenetek prioritdsa rogzitett: DI4 prioritas>...>DI1.

6.6.3 Az dramforras-korlatozas folyamata

A kultéri egység nagyobb hatékonysdgot nyujt, mint az elektromos flitéelemek.
Ezért a rendszer el8szor az elektromos flit6elemeket korldtozza és kapcsolja KI. A
rendszer a kovetkez6 sorrendben korldtozza az dramfogyasztast:

1 Korlatoz bizonyos elektromos flit6elemeket.

Ha... élvez els6bbséget A taviranyitoval allitsa be az
els6bbségi flitGelemet a
kovetkezore...
Hasznalati meleg viz el&allitasa Segédfiitéelem (havan)

Eredmény: A rendszer el8szor a
kiegészit§ flit6elemet kapcsolja KI.
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Ha... élvez els6bbséget A taviranyitdval allitsa be az
els6bbségi flitGelemet a
kovetkezore...

Térfltés Kiegészit6 flit6elem

Eredmény: A rendszer el6szor a
segédfltbelemet kapcsolja Kl (ha
van).

2 KIKAPCSOLJA az 6sszes elektromos flit6elemet.
3 Korlatozza a kultéri egységet.

4 KIKAPCSOLJA a kiltéri egységet.

Példa

Ha a konfiguracié a kovetkezd:

= Az adramforrds-korlatozads szintje NEM engedélyezi a segédflitéelem és a
kiegészits flitGelem (1. és 2. 1épés) egyidejli mikodését.

= Els6bbségi fit6elem = Segédfitbelem (ha van).

Ebben az esetben az dramfogyasztas korlatozdsanak menete a kovetkezd:

P H

Ce

 SIPRN -

B 6]

ElGéllitott hé

Felhasznalt energia

Kultéri egység

Segédftitéelem

Kiegészit6 fit6elem

A kultéri egység korldtozott miikodése

A klltéri egység teljes korl mikodése

A segédflitéelem BE van kapcsolva

Kiegészits flit6elem (1. fok.) BE van kapcsolva
Kiegészits flitéelem (2. fok.) BE van kapcsolva

O
Ea

DT VD OED>

6.6.4 BBR16 dramforras-korlatozas

. INFORMACIO

l A Korlatozas: BBR16-beallitasok csak akkor lathatdk, ha a felhasznaloi felilet nyelve
svéd.
MEGJEGYZES
2 hét all rendelkezésre a mddositasra. A BBR16 aktivalasa utdan minddssze 2 hete
van a bedllitasok modositasara (BBR16 aktivdlasa és BBR16
teljesitménykorlatozasa). 2 hét elteltével az egység rogziti ezeket a
beallitasokat.
Megjegyzés: Ez kilonbozik a folyamatos arramforras-korlatozastél, amely mindig
maddosithato.

Hasznalja a BBR16 dramforrds-korldtozast, amikor meg kell felelnie a BBR16
szabdlyozasoknak (svéd energiaszabalyozasok).
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A BBR16 dramforras-korlatozast kombindlhatja a tobbi energiafogyasztas-
vezérlével (kW). Ha igy tesz, az egység a legszigorubb vezérlést fogja hasznalni.
P;

1 a
BBR16 =

t

P, Aramforras-bemenet
t 1d6
BBR16 BBR16 korlatozasi szint
a Aramforras-korlatozas aktiv
b Tényleges aramforras-bemenet

Osszeallitas és konfiguracié
= Nincs szlkség tovabbi berendezésre.

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlSt [9.9] a felhasznaldi feliilet segitségével
(lasd: "Energiafogyasztas-vezérlg" [» 211]):

- A BBR16 aktivalasa

- Allitsa be a kivant dramforras-korlatozasi szintet

6.7 Kulsé hémérséklet-érzékel6 bedllitasa

Egyetlen kils6 hémérséklet-érzékel6t csatlakoztathat. Ez méri a beltéri és a kilsé
hémérsékletet. A kovetkezé esetekben ajanljuk egy kilsé hémérséklet-érzékeld
hasznalatat:

Beltéri kornyezeti h6mérséklet

= Szobdban taldlhaté termosztatvezérlés, a dedikdlt kényelmi felhaszndldi felllet
(szobatermosztatként haszndlt BRCIHHDA) méri a bels6 kornyezeti
hémérsékletet. Ezért a dedikalt kényelmi felhasznaldéi fellletet olyan helyen kell
elhelyezni:

- Ahol a szobaban az atlaghémérséklet érzékelhetd
- Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak
- Ahol NINCS a kozelben héforras

- Amelyre NINCS hatdssal a kiltéri leveg8 vagy huzat, példaul ajtényitds/-zaras
miatt

= Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli beltéri érzékel§ csatlakoztatasat javasoljuk
(KRCSO1-1).

= Bedllitds: A szerelési Utmutatdsokat lasd a tavoli beltéri érzékel6 szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

= Konfiguralas: A szobai érzékel( kivalasztasa [9.B].

Kiiltéri kornyezeti h6mérséklet

= A klltéri egység a kils6 kornyezeti h6mérsékletet méri. Ezért a klltéri egységet
olyan helyen kell elhelyezni:

- Amely hdz északi oldaldn vagy azon az oldalon taldlhatd, ahol a legtdbb
hékibocsatd helyezkedik el

- Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak
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Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli kiltéri érzékeld csatlakoztatasat ajanljuk (opcio
EKRSCA1).

Osszedllitds: A szerelési Utmutatdsokat ldsd a tavoli kiltéri érzékeld szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

Konfiguracid: A kiltéri érzékels kivalasztasa [9.B].

Amikor a klltéri egység energiatakarékos funkcidja aktiv (lasd: "Energiatakarékos
funkcid" [» 220]), a kultéri egység kikapcsol a készenléti energiaveszteség
csokkentése érdekében. Ennek eredményeként a kilsé kornyezeti hémérsékletet
a rendszer NEM olvassa.

Ha a kivant kilép6 vizhémérséklet az iddjaras fuggvénye, fontos a kultéri
hémérséklet allandé mérése. Ez egy Ujabb ok az opciondlis kiltéri kornyezeti
hémérséklet-érzékel6 felszerelésére.

i

INFORMACIO

A kultéri kornyezeti hé6mérséklet-érzékelé adatai (atlagoltak vagy pillanatnyiak) az
idéjarasfiggd vezérlés gorbéiben hasznalatosak az automatikus hitési/flitési atallas
logika részeként. A kiltéri egység védelme érdekében annak belsé érzékelGje
folyamatosan hasznalatban van.

SzerelGi referencia-Utmutato
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7 Egység beszerelése

Ebben a fejezetben

7.1 A Derendezés NelyENEk EIGKESZITESE ... .c.oiviiiiiiee ettt ettt ettt s et eaneas
7.1.1
7.1.2

7.2 A kultéri egység felszerelése

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.3 Az egység kinyitasa/bezarésa ...

7.3.1
7.3.2
733
734

A kultéri egység izembe helyezései kovetelményei

Akultéri egység Gizembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

A kiltéri egység felszerelésének részletei

Ovintézkedések a kiltéri egység felszerelésekor

A felszereléshez hasznalt struktira biztositasa

Akultéri egység felszerelése

A vizelvezetés biztositasa.....

Az egységek kinyitasanak bemutatdsa..

A kultéri egység felnyitdsa
A kapcsolddoboz elforditasa

A kultéri egység lezérasa

7.1 A berendezés helyének el6készitése

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatdsahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példdul munkakornyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

A

FIGYELEM

A késziléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol nem éri mechanikus
sérllés, és ahol nincs folyamatosan sugarzo tlizforras (példaul nyilt langok, mikodd
gazkészulék vagy mikods elektromos fiitd).

7.1.1 AKkultéri egység lzembe helyezései kbvetelményei

i

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
elSirasok" [» 9] fejezetben.

Vegye figyelembe a térkozokkel kapcsolatos kovetkezd iranyelveket:

>350

<1200

N i b b [>300 R

>300 >350

(mm)

a Levegbkimenet
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b LevegSbemenet

@ MEGJEGYZES
* NE helyezze egymadsra az egységeket.

= NE flggessze a mennyezetre az egységet.

A kiltéri egység levegSkimenetét éré erds szél (=18 km/h) rovidzérlatot okoz (az
elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= a mUkodeési teherbirds csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulds a f(itési Gzemmadban,
= a mUkodés megszakaddsa a nyomas tulzott csokkenése vagy novekedése miatt,

= a ventilator kdrosodasa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

Ajanlott Ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a levegébemenet a falra nézzen, és
NE legyen kozvetlenUl kitéve a szélnek.

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
¢ LevegSkimenet

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:
= Zavaro lehet a mikodés hangja (példaul halészoba kozelében).

Megjegyzés: Ha tényleges zembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kornyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a mért érték magasabb lehet a
mUszaki  adatok  kézikdbnyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomadsszintnél.

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegében. A mianyag
alkatrészek kdrosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmdvekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Felszerelés tengerparti teriileteken. A kiltéri egység semmiképpen NE legyen
kdzvetlendl kitéve a tenger felél érkezd szélnek. Ezzel megel6zhetd a levegbben
hordozott nagy mennyiségl sé altal okozott korrdzid, amely az egység
élettartamanak csokkenését okozhatja.
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A kiltéri egységet Ugy szerelje fel, hogy dvva legyen a kozvetlen tengeri
szélmozgdsoktal.

Példa: Egy épllet mogott.

H HHBHBH

Ha a kultéri egység kozvetlenll ki van téve a tenger fel6l érkezd szélnek, szereljen
fel szélfogot.

= A szélfogd magassaga legyen >1,5xa kiltéri egység magassaga

= A szélfogd felszerelésekor tartsa szem el6tt a szerelési térre vonatkozod

kovetelményeket.

d
c
] b
[
m
a m
d M
c M
M o
a Tengeriszél
b Epilet
c Kultéri egység
d Szélfogd

A kiltéri egységet kizérdlag kiltéri hasznalatra, az aldbbi kils6 hémérsékleti
tartomanyokra tervezték:

H({tés mod 10~43°C
F(ités mod —25~25°C
HMV-elBallitas —25~35°C

Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos irdnyelveket:

A maximalis szintkiilénbség a hasznélatimelegviz-tartaly és a 20 mte eh@

kaltéri egység kozott

Legnagyobb tdvolsag a kovetkezdk kozott: kultéri egység és...

10 m (25 m®@-®)
10 m (25 m® )
10m

haszndlatimelegviz-tartaly

3 utas szelep

kilsé kiegészité fltEelem

@ EKTESE1 és EKTESE2 tartdlytermisztor hasznélata esetén.

®1 A vizcsévek pontos hossza a hidronikus csévezeték-szamitd eszkdzzel hatarozhatd meg.
Hydronic Piping Calculation eszk6z a Heating Solutions Navigator része, amelyet a
kovetkezd webhelyen érhet el: https://professional.standbyme.daikin.eu. Amennyiben
nincs hozzaférése a Heating Solutions Navigatorhoz, forduljon a forgalmazohoz.

@ Annak a megfelel megallapitdsahoz, hogy mely 6sszetevék szerelhetSk be a hidraulikus
rendszerbe, figyelembe kell venni a kiltéri egység és a beltéri egység kozotti teljes
magassagkilonbség miatt fellépd nyomasnovekedést.
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Az R32 egységre vonatkozo specialis kovetelmények

A kiltéri egységben talalhato egy belsé h(it6kor (R32), de NINCS szikség a
h{tékozeg kilsé csGvezetékének kialakitasara vagy a hlitékozeg feltoltésére.

Vegye figyelembe az aldbbi elSirdsokat és dvintézkedéseket:

FIGYELEM
= NE szUrja fel, vagy tegye ki h6 hatdsdnak a h(it6kozegkor alkatrészeit.

*= NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktol eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

* Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(it6kozeg teljesen SZAGTALAN.

FIGYELEM
A készuléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol nem éri mechanikus

sérilés, és ahol nincs folyamatosan sugarzo tlzforras (példaul nyilt langok, mikédé
gazkészilék vagy m(ikodd elektromos f(itd).

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin

utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi elSirdsoknak, illetve
arra, hogy a munkét KIZAROLAG erre jogosul személy végezze el.

7.1.2 AKkultéri egység Uzembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

Az alacsony kiils6 hémérsékletl és erésen paras, vagy jelentés havazasok sujtotta
terUleteken valé hasznalatkor a megfelel6 m(ikodés biztositdsa érdekében tavolitsa
el a szivéracsot.

A terlletek nem teljes listaja: Ausztria, Csehorszag, Dania, Esztorszag, Finnorszag,
Németorszag, Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Norvégia, Lengyelorszag,
Romania, Szerbia, Szlovakia, Svédorszag...

1 Tavolitsa el a szivéracsot tartd csavarokat.
2 Vegye le a szivoracsot, és dobja ki.

3 Csavarja vissza a csavarokat az egységre.

a Szivoracs

SzerelGi referencia-Utmutato
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Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastdél, és lgyeljen ra, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a ho.

a Hotdl védé fedél vagy filke
b Allvany

¢ Uralkodé szélirany

d LevegSkimenet

Minden esetben hagyjon legaldbb 300 mm szabad helyet az egység alatt. Arrdl is
bizonyosodjon meg, hogy az egység legalabb 100 mm-rel a hd varhaté maximalis
szintje f6lott van. Tovabbi informacidk: "7.2 A kiltéri egység felszerelése" [» 65].

Olyan helyeken, ahol er6s havazas lehetséges, nagyon fontos olyan Uzembe
helyezési helyet valasztani, ahol a hd NINCS hatassal az egység mikddésére. Ha
oldalirdnyu havazas is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserélét NE érje a ho.
Szlkség esetén szereljen fel hotdl véds fedelet vagy fllkét és allvanyt.

7.2 A kuUltéri egyseg felszerelése

7.2.1 AKkultéri egység felszerelésének részletei
Mikor

A kiltéri egységet a vizvezetékek csatlakoztatdsa el6tt kell felszerelni.

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemz6en a kovetkezd |épésekbdl all:
1 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositasa.

2 Aklltéri egység felszerelése.
3 Avizelvezetés biztositasa.
4 Az egység ledblésének megakadalyozdsa.
5 Az egység ho és szél elleni védelme hofedél és terelSlemez felszerelésével.
Lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 61].
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7.2.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi elGirasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [ 9]

= "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 61]

7.2.3 Afelszereléshez hasznalt struktira biztositasa

Ellendrizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az egység ne vibréljon,
és ne okozzon zajt.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.

Ez a témakor a felszereléshez hasznalt kilonboz8 szerkezeteket ismerteti.
Mindegyik esetben hasznalja M8 vagy M10 horgonycsavarok, anyak és
csavaralatétek 4 készletét. Minden esetben hagyjon legaldbb 300 mm szabad
helyet az egység alatt. Arrdl is bizonyosodjon meg, hogy az egység legaldbb
100 mm-rel a ho varhatd maximalis szintje folott van.

INFORMACIO

[ J
l A csavarok felll kiallo részének maximalis magassaga 15 mm.

1. opcid: "Alatamasztott flexi-foot" régzitétalpakon

0 mm

a Maximalis hdesési magassag

2. opcié: Mianyag rogzit6talpakon

Ebben az esetben az egységhez tartozékként mellékelt csavarokat, anyakat,
alatéteket és rugds alatéteket hasznalhatja.

SzerelGi referencia-Utmutato
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7.2.4 AKkultéri egység felszerelése

VIGYAZAT

A sérilések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg6bemenetét

vagy aluminium bordait.

VIGYAZAT

NE tavolitsa el a véddkartont az egység megfelel§ felszerelése el6tt.

1 A készlléket az egységhez rogzitett hevederek hasznalatdval mozgathatja. A
heveder mindkét oldaldt huzza fel egyszerre, hogy a heveder ne valjon le az
egységrol.

X X v
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2 Az egység kezelése kdzben:

» Tartsa egy szintben a heveder mindkét oldalat.
* Tartsa egyenesen a hatat.

3 Szerelje fel a kbvetkez6k alapjan a kiltéri egységet:

* (1) Helyezze az egységet a helyére.
* (2) Tavolitsa el a hevedereket (a heveder egyik oldaldat meghuzva).
* (3) Rogzitse az egységet.

m m t

s

a Levegbkimenet

MEGJEGYZES
Megfelel6en helyezze el az egységet. Bizonyosodjon meg réla, hogy az egység hatso

oldala NEM log ki.

4 Tavolitsa el a véddBkartont és az Utmutatot.
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a Véddékarton
b Utmutato

7.2.5 Avizelvezetés biztositasa

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a kondenzvizet megfelelGen el lehet vezetni.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet6vé teszi a megfeleld elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Alakitson ki vizelvezetd csatornat az alap kordl, amely elvezeti az egységtél a
vizet.

= Gondoskodjon rdla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti hémérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszdssa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallé lemezt is az egység aljatél
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsat az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (Iasd a kovetkez6 abrat).

o INFORMACIO

l Ha szikséges, hasznalhat egy csepptalcat (nem tartozék), hogy megakadalyozza az
elvezetett viz lecsopogését.

MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység elvezetényilasai eldugulnak, biztositson legalabb 300 mm helyet a

kiltéri egység alatt.

MEGJEGYZES

Ha a készuléket NEM lehet teljesen vizszintesen felszerelni, mindig gyéz6djon meg
arrél, hogy a készilék a hatulja felé d6l. Erre a megfelel vizelvezetés biztositasa
érdekében van szikség.
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7.3 Az egység kinyitasa/bezarasa

7.3.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsakor

= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltgyelet nélkil az egységet.

7.3.2 Akultéri egység felnyitasa

A\
A\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

4T

///77%
Vil

)
Wi

7.3.3 Akapcsoldodoboz elforditasa

A felszerelési eljards sordan hozza kell férnie a kultéri egység belsejéhez. Az eldlrdl

valdé konnyebb hozzaférés érdekében forditsa kifelé a kapcsolédobozt az egységhdl
az alabbiak szerint:

El6feltétel: Az elllsé lemez el lett tavolitva.

1 Nyomja le a kapcsoldédoboz tartéjanak kapcsat.
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2 Forditsa kifelé a kapcsolédobozt az egységhdl.

4

3 Forditsa visszafelé a kapcsoldédobozt, amig megfeleléen a kapcsolédoboz
tartéjaba nem pattan.

7.3.4 AKkultéri egység lezarasa

MEGJEGYZES
Lemezanya. Ugyeljen arra, hogy a felsd csavar lemezanyéja megfelel6en legyen a

szervizfedélre rogzitve.

)

///7////
/////? )

~

a Lemezanya
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8 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

8.1 A VIZESOVEK EICKESZITESE ...ttt 72
8.1.1 A vizkorre vonatkozé kovetelmények 72
8.1.2 Képlet a tagulasi tartaly elényomasanak kiszamitasahoz. 75
8.1.3 A vizmennyiség és az aramlasi sebesség ellenérzése 75
8.1.4 A tagulasi tartaly elényomdsdnak modositasa 78
8.1.5 A vizmennyiség ellenérzése: Példak 79
8.2 Vizvezetékek csatlakoztatasakor 79
8.2.1 A vizvezetékek csatlakoztatdsdnak bemutatdsa 79
8.2.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor 80
8.2.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa 80
8.2.4 A vizkor befagyas elleni védelme 81
8.2.5 A vizkor feltoltése 85
8.2.6 A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése 86
8.2.7 A vizvezeték szigetelése 86

8.1 A vizcsovek elGkészitése

8.1.1 Avizkorre vonatkozd kovetelmények

INFORMACIO

°
l Olvassa el az elSirasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
elGirasok" [» 9] fejezetben.

MEGJEGYZES

MUianyag csovek esetén gy6z6djon meg rola, hogy ellendlldak-e az oxigéndiffuzioval
szemben a DIN 4726 szabvanynak megfelel6en. Az oxigén a csdvekbe jutdsa erds
korréziéhoz vezethet.

Csovek csatlakoztatasa — Jogszabdlyok. A csovek csatlakozdsi pontjait a
vonatkozd jogszabalyoknak és a "Felszerelés" cim( fejezetben szerepl§
utasitdsoknak megfeleléen, a viz be- és kivezetésének figyelembe vételével kell
kialakitani.

Csovek csatlakoztatasa — Erdkifejtés. NE haszndljon tulsdgosan nagy er6t a
csovek csatlakoztatasakor. A deformalt csévek az egység hibdas mikodését
okozhatjak.

Csovek csatlakoztatasa — Szerszamok. A rézanyagu alkatrészekkel vald
munkahoz megfelel6 szerszdmokat haszndljon, mivel a réz lagy anyag.
Amennyiben NEM igy tesz, a csdvek megsérilnek.

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Csovek csatlakoztatasa — Levegl, nedvesség, szennyez6dés. Ha levegd,

nedvesség vagy szennyezddés jut a korbe, az problémat okozhat. Ennek
megel&zése érdekében:

- CSAK tiszta csoveket hasznaljon.
- Asorja eltavolitdsakor tartsa a csé végét lefelé.

- Zarja le a cs@véget a falon valo atbujtatdskor, hogy ne keriiljon bele por és/vagy
szemcsék.

- Haszndljon megfeleld szalas tomitGanyagot a csatlakozdsok lezarasara.

- Ha nem sargaréz fémcsoveket hasznal, akkor a galvanikus korrézié megel&zése
érdekében a két anyagot egymastol el kell szigetelni.

- Mivel a sdrgaréz egy lagy anyag, a vizkdr csatlakoztatdsdhoz megfeleld
szerszamokat kell hasznalni. A nem megfelel§ szerszamok haszndlata miatt a
csovek megsérulhetnek.

Fagyas. Gondoskodni kell a fagyvédelemrdl.

Zart kor. A kiltéri egységet CSAK zart vizrendszerben hasznalja. A berendezés
nyilt vizrendszerben vald haszndlata tulzott korrozidval jar.

A csovek hossza. Ajanlott elkerllni a zart végl csoveket, illetve hosszu csovek
hasznalatdt a hasznalatimelegviz-tartdly és a meleg viz célpontja (zuhany,
flrdGszoba stb.) kozott.

A csovek atmérdje. A vizcsovek adtmérGjét a szikséges vizaramldstédl és a
szivattyu rendelkezésre all6 kiilsé statikus nyomasatol fliggéen valassza ki.

A kultéri egység kilsd statikus nyomasaval kapcsolatos informacidkért lasd a
miszaki adatokat. A legfrissebb m(iszaki adatok egy része elérhetd a (nyilvanosan
elérhetd) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb m(iszaki adatok teljes listaja
a (hitelesitést igényld) Daikin Business Portal webhelyen érheté el.

Vizdramlds. Az egység mikodéséhez szlikséges minimalis vizédramlas az alabbi
tabldzatban lathatd. Ezt az dramlast minden esetben biztositani kell. Ha az
aramlds mértéke alacsony, az egység leadll, és a 7H dramlasi hibakdd jelenik meg.

Ha az lizemmad... A sziikséges minimalis dramlasi
sebesség...
H{tés 10 I/min
Fltés 6 I/min
Kiegészitd flt6elem lzemmad 12 I/min
Fltés/jégmentesités 12 I/min
DHW 25 I/min

= Nem tartozék alkatrészek — Viz és glikol. Csak olyan anyagokat szabad hasznalni,

amelyek kompatibilisek a rendszerben hasznalt vizzel (és a glikollal, ha van) és a
kiltéri egységben hasznalt anyagokkal.

Nem tartozék alkatrészek — Viznyomas és -h6meérséklet. Ellendrizze, hogy a
helyszini csovek alkatrészeinek nyomasalldsdga megfeleljen a viznyomdsnak és a
vizhémérsékletnek.

* Viznyomas. A megengedett legnagyobb viznyomds 4 bar. Biztositson megfeleld

véddbeszkozoket a vizkdrben, hogy a viznyomds NE haladhassa meg a maximalis
értéket.

= Vizh6mérséklet. Minden beszerelt cs6vezetéknek és -tartozéknak (szelepek,

csatlakozasok...) ellen KELL allnia a kovetkez6 hé6mérsékleteknek:
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INFORMACIO

A koévetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

£l
il

(*) A tartozékok és a csévek maximalis h6mérséklete

Elvezetés — Alacsony pontok. Helyezzen el a rendszer sszes alacsony pontjan
leeresztécsapokat, hogy teljesen leereszthetd legyen a vizkor.

Légtelenité szelepek. A rendszer minden magas pontjara szereljen légtelenitd
szelepet, amelyeknek szervizelés céljabdl szintén konnyen hozzaférhetének kell
lennitk.

A kultéri egység automatikus légtelenitd szeleppel rendelkezik.

A kils6 kiegészité fltéelem (opcionalis) automatikus légtelenitd szeleppel
rendelkezik.

Ugyeljen arra, hogy az automatikus légtelenitd szelepek NE legyenek tul szorosra
huzva, hogy a leveg6 automatikus kiengedése a vizkorbdl lehetséges legyen.

Horganyzott alkatrészek. A vizkorben SOHA ne haszndljon horganyzott
alkatrészeket. Mivel az egység belsd vizkorét rézcsovek alkotjak, tulzott korrdzid
[éphet fel.

Nem rézbevonati fémcsévek. Nem rézbevonatu fémcsdvek haszndlatakor
szigetelje megfelel6en a réz és a nem réz részeket, hogy azok NE érintkezzenek
egymassal. Erre a galvanikus korrézid megel§zése miatt van sziikség.

Szelep — Koroket valaszt el. Ha 3 utas szelep van a vizkérben, Ugyeljen ra, hogy a
hasznalati meleg viz kore és a padloflitéskor teljesen el legyen kilonitve.

Szelep — Atvaltasi id6. Ha 2 vagy 3 utas szelep van a vizkdrben, a szelep
legnagyobb atvaltasi idejének 60 masodpercnek kell lennie.

Szlird. Er6ésen ajanlott egy tovabbi sz(ir6 beszerelése a flitévizkdrben. Elsésorban
a szennyezett flit6csovekben taldlhatd fémdarabok eltdvolitdsa érdekében
ajanlott magneses vagy ciklonsz(rét hasznalni, amely képes eltavolitani a kis
részecskéket. A kis részecskék kart tehetnek az egységben, és a hdszivattyu-
rendszer normal szlr6je NEM eltavolitani azokat.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Kapacitas. A viz dllasanak elkerilése érdekében
fontos, hogy a hasznalatimelegviz-tartaly taroldsi kapacitdsa megfeleljen a
hasznalati meleg viz napi fogyasztdsanak.
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8.1.3 Avizmennyiség és az dramlasi sebesség ellendrzése

Haszndlatimelegviz-tartaly — A felszerelés utan. A felszerelés utan rogton ki kell
Obliteni friss vizzel a haszndlatimelegviz-tartalyt. Ezt az eljarast legaldbb naponta
egyszer meg kell ismételni a felszerelést kovetd 5 egymds utani napon.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Hasznalaton kiviili id6szakok. Amikor hosszabb
ideig nem haszndlnak meleg vizet, a berendezést friss vizzel KELL kidbliteni a
haszndlat el&tt.

Hasznalatimelegviz-tartaly — FertGtlenités. A haszndlatimelegviz-tartaly
fertGtlenitési funkcidjaval kapcsolatban lasd: "10.6.6 Tartaly" [r 182] és
"6.4.5 HMV-szivattyu fert6tlenitéshez" [» 48].

Higiéniai intézkedések. Az elhelyezésnek meg kell felelnie a vonatkozd
jogszabalyoknak, és el6fordulhat, hogy tovabbi higiéniai intézkedések lehetnek
szlkségesek.

Keringeté szivattyl. Ha a vonatkozd jogszabalyok megkovetelik, csatlakoztasson
keringeté szivattyut a meleg viz célpontja és a haszndlatimelegviz-tartaly
keringetd szivattyujanak csatlakozédsa kozé.

Keringetés csatlakozasa
Meleg viz csatlakozdsa
Zuhany

Keringetd szivattyu

a
b
c
d

8.1.2 Képlet a taguldsi tartdly el6nyomadasanak kiszamitasahoz

A tartdly beallitandd elényomasa (Pg) a szerelési szintkllonbségtdl (H) figg:

Pg=0,3+(H/10) (bar)

A kiltéri egység egy 7 literes taguldsi tartdllyal rendelkezik, amelynek gyari

el6nyomasa 1 bar.

Az egység megfelel6 mikodésének biztositdsa érdekében:

= Ellendriznie KELL a minimalis és maximalis vizmennyiséget.

= Lehetséges, hogy be kell allitania a tagulasi tartaly elényomasat.

Minimadlis vizmennyiség

Ellenérizze, hogy a rendszerben lévé teljes vizmennyiség meghaladja-e a minimalis
vizmennyiséget, NEM szamitva a klltéri egység belsd vizmennyiségét:

Ha...

A minimalis vizmennyiség...

H{tési izemmod

101

Fltési/jégmentesitési lzemmadd és...

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05

PDAIKIN

Szerel6i referencia-Utmutato

75




8 | Cs@szerelés

Ha...

A minimalis vizmennyiség...

Lehetséges a tartalyban torténd
el6melegités.

Ez az aldbbi esetekben lehetséges:
= EKHWP* tartaly + segédf(itGelem

= EKHWS*D* tartdly + segédfiitGelem +
HMV-szivattyu

Ol

A tartdlyban torténd el6melegités nem
lehetséges, de van kiegészits fitéelem
(belsd vagy kilsd).

10|

A tartdlyban torténd el6melegités nem
lehetséges, nincs kiegészité fitGelem, és...

A visszaramlas hémérséklete >15°C

201

A visszaramlas hémérséklete <15°C

50|

o INFORMACIO

vizmennyiségre lehet szikség.

l Létfontossagu folyamatokndl vagy nagy héterhelés helyiségek esetén nagyobb

MEGJEGYZES

Soha ne hasznéljon a minimalisan meghatarozott vizmennyiségnél kevesebbet. Ez az

MEGJEGYZES

egység hibas mikodését okozhatja.

Ha a térf(ités/h(ités korokben a keringetést tavvezérelt szelepek vezérlik, akkor
fontos, hogy a minimalis vizmennyiség még az Osszes szelep elzarasa esetén is
garantalt legyen, vagy a tulnyomasi megkerilészelep a térflités/h(ités kor elé legyen

beépitve.

(]| 191

E

(=}
—4—{ f }—
N

»
>

®
m
m

H
T

Felhasznaldi felllet (mellékelt tartozék)
Egyedi szobatermosztat (opcid)

Elzéroszelep (mellékelt tartozék)

wonoo

<
ury

Nyomaskilonbség-megkeriildszelep (nem tartozék)

Egyedi motoros szelep az egyes korok szabalyozasara (nem tartozék)
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Maximalis vizmennyiség

MEGJEGYZES
A maximalis vizmennyiség attél fugg, hogy van-e glikol a vizkérben. A glikol

hozzaadasarél tovabbi informacidért lasd: "8.2.4 A vizkér befagyds elleni
védelme" [r 81].

A kovetkez§ dbra segitségével hatdrozza meg a maximalis vizmennyiséget a
kiszamitott elényomdsra vonatkozdan.

A 24 -

2,1

1,8 1

1,5 1

A El6nyomas (bar)

B Maximalis vizmennyiség (l)
Viz

mmmme Viztglikol

Példa: Maximalis vizmennyiség és a tagulasi tartaly elényomdsa

Szerelési Vizmennyiség
szintkﬁlénbség“” <185/105 |(®) >185/105 |(6)
<7m Nem kell mddositani az Tegye a kovetkez6t:

elényomast. = Csokkentse az elényomast az

eldirt szerelési
szintkllonbségnek
megfelel6en. Az el6nyomast
7 m alatt méterenként 0,1
barral kell csékkenteni.

= Ellendrizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett
maximalis vizmennyiséget.

>7m Tegye a kovetkez6t: A kUltéri egység tagulasi
tartdlya tul kicsi a rendszerhez.
Ebben az esetben javasolt egy
tovabbi tartdlyt felszerelni az
egységen kivdl.

= Novelje az el6nyomast az
elirt szerelési
szintkllonbségnek
megfelel8en. Az el6nyomast
7 m folott méterenként 0,1
barral kell névelni.

Ellendrizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett
maximalis vizmennyiséget.

@ A vizkor legmagasabb pontja és a kiiltéri egység kozotti szintkilénbség (m). Ha a kiiltéri
egység a rendszer legmagasabb pontja, akkor a szerelési magassag 0 m.

® Amennyiben a vizkér csak vizzel van feltdltve, a maximalis vizmennyiség 185 |, ha vizzel és
glikollal, akkor 105 I.
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Minimalis dramlasi sebesség

Ellenérizze, hogy minden korilmények kozott garantalt-e a (jégmentesitési/
kiegészité flt6elem lUzemmodd soran szikséges (ha van ilyen)) minimalis dramlasi
sebesség.

Ha az iizemmad... A sziikséges minimalis dramlasi
sebesség...
HUtés 10 I/min
Flités 6 |/min
Kiegészitd flt6elem Gzemmad 12 I/min
Fltés/jégmentesités 12 I/min
DHW 25 |/min

MEGJEGYZES
Ha a vizkorbe glikol lett adagolva, és a vizkor hémérséklete alacsony, a felhasznaldi

feltlet NEM jelzi ki az aramlas sebességét. Ebben az esetben a minimalis aramlasi
sebességet szivattylprobaval ellendrizheti.

MEGJEGYZES
Ha minden térflités korben, vagy bizonyos térflités korokben tavvezérelt szelepek

vezérlik a keringtetést, akkor fontos, hogy a minimalis aramlasi sebesség még az
Osszes szelep elzarasa esetén is garantdlt legyen. Amennyiben a minimalis aramlasi
sebesség nem érhet6 el, a 7H aramlasi hibakdd jelentkezik (nincs flités és az egység
nem Gzemel).

Lasd az ajanlott eljarast a kovetkezé részben: "11.4 Ellendrzélista belzemelés
kozben" [» 231].

8.1.4 A tdgulasi tartaly elényomasanak modositasa

MEGJEGYZES
CSAK szakképzett szerel6 mddosithatja a taguldsi tartaly elényomdsat.

A tagulasi tartdly gyari el6ényomadsa 1 bar. Amikor médositani kell az elényomast, a
kovetkez§ irdnyelveket tartsa szem el6tt:

= Atdgulasi tartaly el6ényomdsanak bedllitdsahoz csak szdraz nitrogént hasznaljon.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasanak helytelen beadllitdsa a rendszer hibas
mUkodéséhez vezet.

A tdguldsi tartdly elényomdsdnak modositdsa a nitrogénnyomads novelése vagy
kiengedése Utjan torténik, a tdguldsi tartaly Schrader-szelepén keresztiil.

SzerelGi referencia-Utmutato
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a Schrader-szelep

8.1.5 Avizmennyiség ellendrzése: Példak

1. példa

A kiltéri egység 5 m-rel a vizkdr legmagasabb pontja alatt van felszerelve. A
vizkdrben a teljes vizmennyiség 100 I.

Semmilyen teendd vagy mddositds nem szikséges.
2. példa

A kiltéri egység a vizkor legmagasabb pontjara van felszerelve. A vizkorben a teljes
vizmennyiség 250 I.

Teenddk:

= Mivel a teljes vizmennyiség (250 1) tébb, mint az alapértelmezett vizmennyiség
(185 1), csokkenteni kell az elényomast.

= Aszikséges el6nyomas:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= 0,3 bar nyomas esetén a megfelel6 maximalis vizmennyiség 270 I. (Ldsd a
"Maximalis vizmennyiség" [» 77] hivatkozdsban szerepld diagramot).

= Mivel 250 | kevesebb, mint 270 |, a tdguldsi tartaly mérete megfelel§ a
rendszerhez.

8.2 Vizvezetékek csatlakoztatdsakor

8.2.1 Avizvezetékek csatlakoztatdsanak bemutatdsa

A vizvezetékek csatlakoztatasa el6tt

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a kiltéri egység fel van szerelve.
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Jellemz6 munkafolyamat

A vizvezetékek csatlakoztatdsa jellemz8en a kdvetkez§ 1épésekbdl all:
1 AKkultéri egység vizvezetékeinek csatlakoztatasa.

2 A kils6 kiegészité fltSelem és/vagy hasznalatimelegviz-tartdly (ha van)
vizvezetékeinek csatlakoztatasa.

3 A vizkor fagyas elleni védelme (glikol hozzdaddsa vagy fagyvédelmi szelepek
beszerelése).

A vizkor feltoltése.
5 A hasznalatimelegviz-tartdly feltoltése (ha van).

A vizvezetékek szigetelése.

i

INFORMACIO

A hasznalatimelegviz-tartalyra vonatkozd utasitasokért tekintse meg a tartaly
szerelési kézikonyvét.

A kulsé kiegészit6 fitéelemre vonatkozd utasitasokat lasd:
= A kiegészité flit6elem szerelési kézikonyve.

= "Akiegészits flitGelem csatlakoztatasa" [ 103] (ez a szakasz részben helyettesiti a
kiegészitd flitGelem szerelési kézikonyvét)

8.2.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor

i

INFORMACIO

Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi elSirasokat és kovetelményeket
is:
= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 9]

= "8.1 A vizcsovek el6készitése" [r 72]

8.2.3 Avizvezetékek csatlakoztatasa

©

MEGJEGYZES

NE haszndljon tllsdgosan nagy erét a helyszini csovek csatlakoztatasakor, és
gondoskodjon a csovek megfelel6 elrendezésérdl. A deformalt csévek az egység
hibds miikodését okozhatjak.

MEGJEGYZES

A kulsé csovek csatlakoztatasakor tartsa meg az egység belsé fellletén taldlhatd
anyacsavart egy villaskulccsal a jobb ellentartas biztositasa érdekében.

\
|

1 Csatlakoztassa a (beépitett szlir6vel rendelkez8) elzardszelepet a kiltéri
egység vizbemenetéhez a tomit&szalaggal.
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a Viz KIMENETE (csavarkotés, dugds, 1")

Viz BEMENETE (csavarkotés, dugds, 1")

c Beépitett szlir6vel ellatott elzardszelep (mellékelt tartozék) (2x csavarkotés, anya,

)

d Tomitbszalag

2 Csatlakoztassa a kils6 csdveket az elzardszelephez.

3 Csatlakoztassa a kils6 csdveket a kiltéri egység vizkimenetéhez.

MEGJEGYZES

A beépitett szlrével ellatott elzarészelepre (mellékelt tartozék) vonatkozo
informdciok:

= Aszelepet kotelezd felszerelni a vizbemenetnél.

* Figyeljen a szelep draml3si iranyara.

MEGJEGYZES

A szervizelést megkonnyitend6 ajanlott elzérdszelepet és elvezet6pontot s
felszerelni a viz KIMENETI csatlakozasara. Az elzérdszelep és az elvezetépont nem
tartozék.

MEGJEGYZES

Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenité szelepet.

D @

MEGJEGYZES

Amennyiben be van szerelve egy opciondlis haszndlatimelegviz-tartédly, a vonatkozd
torvényeknek megfeleléen egy legfeliebb 10 bar (= 1 MPa) nyitdsi nyomasu
nyomascsokkent6 szelepet (nem tartozék) kell csatlakoztatni a hasznalati hideg viz
bemenetének csatlakozéjahoz.

8.2.4 Avizkor befagyas elleni védelme

Fagyvédelem

A fagy kart tehet a rendszerben. A hidraulikus alkatrészek fagyasanak megel&6zése

érdekében a szoftver a kovetkezd specidlis fagyvédd funkcidkkal rendelkezik,
amelyek alacsony hémérsékleten aktivaljdk a szivattyuk mikodését:
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= Vizcs6 befagydsanak megel&zése (lasd: "Vizcs6 befagyasanak
megel6zése" [» 207]),

= Leeresztés megelGzése. Csak akkor alkalmazhatd, ha a Bivalens bedllitas
engedélyezve van ([C-02]=1). Ez a funkcié megakadalyozza a fagyvédelmi
szelepek kinyildsat a kiltéri egységbe vezetd vizcsovekben, amikor a rasegité
vizmelegit6 negativ kiltéri h6mérsékleten makodik.

Aramkimaradds esetén azonban ezek a funkcidk nem képesek megvédeni a
rendszert.

A vizkér befagyds elleni védelme érdekében végezze el az aldbbi |épések
valamelyikét:

= Adjon glikolt a vizhez. A glikol csokkenti a viz fagyaspontjat.

= Szereljen fel fagyvédelmi szelepeket. A fagyvédelmi szelepek leeresztik a vizet a
rendszerbdl, mielétt az megfagyhatna. A fagyvédelmi szelepeket a vizcsdvekhez
hasonldan szigetelje, de NE szigetelje a szelepek be- és kivezetését (kibocsatasi
helyét).

MEGJEGYZES
Ha glikolt ad a vizhez, NE szereljen fel fagyvédelmi szelepeket. Lehetséges

koévetkezmény: A glikol elszivarog a fagyvédelmi szelepeken keresztl.

MEGJEGYZES
Ha glikolt ad a vizhez, dramlaskapcsolét (EKFLSW?2) is be kell szerelnie.

Fagyvédelem glikollal

A glikolos fagyvédelem ismertetése

A vizhez adagolt glikol csokkenti a viz fagyaspontjat.

FIGYELEM

FIGYELEM

A glikol hasznalata a rendszer korroézidjat idézheti el6. A korrozidallo adalék nélkali
glikol oxigén hatasara savassa valik. Ezt a folyamatot a réz jelenléte és a magas
h&mérséklet gyorsitja. A savas korrdzidalld adalék nélkili glikol megtdmadja a
fémfellletet, és galvanikus korrozidcelldkat hoz létre, amelyek nagymértékben
karositjak a rendszert. Ezért fontos, hogy:

A Az etilénglikol mérgez6 anyag.

= aviz kezelését egy szakképzett vizspecialista hajtsa végre,

® a glikol valasztott korrézidalld adaléka kozombositse a glikol oxidacidja soran
keletkezé savakat,

= semmilyen autdiparban alkalmazott glikol nem haszndlhatd, mivel ezek
korrdzidallé adalékanyaganak élettartama korlatozott, és szilikatokat tartalmaz,
amik beszennyezhetik vagy eltomithetik a rendszert,

= a glikolos rendszerekben NEM lehet horganyzott cséveket hasznalni, mivel a glikol
egyes korrozioallo adalékanyag-osszetevdinek kicsapodasat okozhatja.
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MEGJEGYZES
A glikol vizet von el a kornyezetébdl. Ezért NE hasznaljon olyan glikolt, amely

levegbvel érintkezett. Ha a glikol tartalyon nincs kupak, a viz koncentracidja
novekszik. Ekkor a glikol koncentracidja a feltételezettnél kisebb lesz. Ennek
eredményeképp a hidraulikus alkatrészek végiil mégis befagyhatnak. Ugyeljen arra,
hogy a glikol leveg6vel valé érintkezése minimalis legyen.

A glikol tipusai

A haszndlhaté glikol tipusa attél flgg, hogy a rendszerben taldlhaté-e
hasznalatimelegviz-tartaly:

Ha... Akkor...
A rendszerben taldlhatd Kizarélag propilén-glikolt @ hasznaljon
hasznalatimelegviz-tartaly
A rendszerben NEM taldlhatd Propilén-glikolt ©® és etilén-glikolt is
hasznalatimelegviz-tartaly hasznalhat

@ A szitkséges korrézidallo adalékkal rendelkezd, az EN1717 szerinti lll-as kategéridba sorolt
propilén-glikol.

A sziikséges glikolkoncentracio

A szlkséges glikolkoncentracio a legalacsonyabb varhaté kiltéri hémérséklettdl
flgg, valamint attdél, hogy repedéstél vagy fagyastol szeretné-e védeni a rendszert.
A rendszer fagyas elleni védelméhez tobb glikol szkséges.

Az alabbi tablazatnak megfelel6en adagolja a glikolt.

Legalacsonyabb varhaté |Repedés elleni védelem |Fagyas elleni védelem
kiiltéri h6mérséklet

-5°C 10% 15%

-10°C 15% 25%

-15°C 20% 35%

-20°C 25% —

-25°C 30% —

-30°C 35% —

INFORMACIO

® Repedés elleni védelem: a glikol a csovek repedését meggatolja, azonban a
csovekben 1évé folyadék fagydsat NEM.

i

* Fagyas elleni védelem: a glikol a csdvek repedését és a csovekben Iévé folyadék
fagyasat egyarant meggatolja.

@ MEGJEGYZES
= A sziikséges koncentracio a glikol tipusanak fliggvényében eltéré lehet. MINDIG

vesse Ossze a fenti tablazatban irtakat a glikol gyartéja altal megadott muszaki
jellemzdékkel. Ha sziikséges, kdvesse a glikol gyartojanak el6irdsait.

* A hozzaadott glikol koncentracidja SOHA nem haladhatja meg a 35%-ot.

* Ha a rendszerben |évé folyadék fagyott, a szivattyd NEM fog tudni beindulni. Ne
feledje, hogy a rendszer repedés elleni védelme esetén a benne |év6 folyadék
meég megfagyhat.

* A rendszerben lévé hasznalaton kivili viz nagy valdszinlséggel fagyast és a
rendszer karosodasat okozhatja.
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A glikol és a megengedett maximalis vizmennyiség

A glikol adagoldsa a vizkorbe csokkenti a rendszer maximalis engedélyezett
vizmennyiségét. Tovabbi informacidért lasd: "Maximalis vizmennyiség" [» 77].

Glikol beallitasa

MEGJEGYZES
Ha a rendszerben glikol talalhato, az [E-OD] bedllitast 1-es értékre kell allitani. Ha a

glikolbeadllitdas NEM megfelel6en lett megadva, a csovekben taldlhaté folyadék
megfagyhat.

Fagyvédelem fagyvédelmi szelepekkel

Fagyvédelmi szelepek

A szerel6 felel6ssége megakadalyozni a kilsé csovek befagyasat. Ha nincs glikol a
vizben, fagyvédelmi szelepekkel a kils6 csévek legalacsonyabb pontjain
leeresztheti a vizet a rendszerbdl, miel6tt az megfagyhatna.

Fagyvédelmi szelepek felszerelése

A kilsé csovek befagydsanak megakaddlyozdsahoz szerelje fel a kovetkezd
alkatrészeket:

L

=3

a Automatikus leveg&bemenet
b Fagyvédelmi szelep (opcionalis — nem tartozék)
c Alaphelyzetben zart szelepek (ajanlott — nem tartozék)

=
(8
(%]
N

Leiras

Fel kell szerelni egy automatikus levegébemenetet (a levegbellatas

biztositdsara) a legmagasabb pontra. Példdul egy automatikus
légtelenitét.

e
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Leiras

el
:ﬂ 3\
o N

A kils§ csovek védelme.

= Szerelje fel a fagyvédelmi szelepeket:
- A kulsé csovek legalacsonyabb pontjain.
- A kUls6 csovek leghlvosebb részén, tavol a héforrasoktol.
- Fugg6legesen, hogy a viz megfelel6en tudjon kidramlani.

- >15 cm-re a fold felett, nehogy a jég eldllhassa a viz Utjat.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy nincs akadaly a viz Utjdban.

- >10 cm-re a tobbi fagyvédelmi szeleptdl.

= Gondoskodjon rdla, hogy a fagyvédelmi szelepeket ne érje esg,
ho vagy kdzvetlen napfény.

= A fagyvédelmi szelepeket a vizcsdvekhez hasonldan szigetelje, de
NE szigetelje a szelepek be- és kivezetését (kibocsatdsi helyét).

= NE hozzon létre csapddkat a kilsé csévekben.

>10 cm
. .
H i

T

il 7

>15cm

oxXw

A hazon belilli viz levélasztdsa dramkimaradas esetén. Altaldban a
zart szelepek (amelyek a beltérben, a csévezeték bemeneti/
kimeneti pontjanak kozelében taldlhatdak) megakadalyozzak, hogy
a beltéri cs6vezetékben talalhatd dsszes viz kitrdljon, amikor a
fagyvédelmi szelepek nyitva vannak.

= Aramkimaradas esetén: Az alaphelyzetben zart szelepek
lezarnak, és levdlasztjak a hazon bellli vezetékekben taldlhato
vizet. Ha a fagyvédelmi szelepek kinyilnak, csak a hazon kivili viz
aral ki.

= Egyéb koriilmények kozott (példaul szivattylhiba esetén): Az
alaphelyzetben zart szelepek nyitva maradnak. Ha a fagyvédelmi
szelepek kinyilnak, a hazon bellli vezetékekbdl is kitril a viz.

®

MEGJEGYZES

Ha fagyvédelmi szelepek lettek beszerelve, a hités minimalis célhémérsékletét
(alapértelmezett=7°C) legaldbb 2°C-kal magasabbra allitsa be a fagyvédelmi szelep
maximalis nyitasi hémérsékleténél. Ha a célhé6mérséklet tdl alacsony, a fagyvédelmi
szelepek h(tési Gizemmaodban kinyilhatnak.

8.2.5 A vizkor feltoltése

A vizkor feltdltéséhez hasznéljon egy nem tartozék toltékészletet. Ugyeljen ra, hogy
megfeleljen a vonatkozd jogszabalyoknak.
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MEGJEGYZES
Az egység tartalmaz egy automatikus légtelenitd szelepet. Gy6z6djon meg arrdl, hogy

a szelep nyitva van. A rendszer 6sszes automatikus légtelenité szelepének (az
egységben és a kiilsé csévekben, ha vannak) nyitva kell maradnia a belizemelés utan.

5

8.2.6 A haszndlatimelegviz-tartaly feltdltése

Tekintse meg a haszndlatimelegviz-tartaly szerelési kézikonyvét.

8.2.7 Avizvezeték szigetelése

A csoveket a teljes vizkorben szigetelni KELL a h(tés kozben fellépd
paralecsapddas, valamint a hdtési és fltési teljesitmény csokkenésének
megel6zése érdekében.

A kiiltéri vizcsovek szigetelése

MEGJEGYZES
Kiils6 csovek. A karosodasok elkertlése érdekében gondoskodjon rdla, hogy a kilsé

csovek az utasitasoknak megfelel6en szigetelve legyenek.

A szabad levegdn taldlhatd csévek szigetelésének minimalis vastagsagat az aldbbi
tablazat alapjan allapithatja meg (ahol A=0,039 W/mK).

Csovek hossza (m) Minimalis szigetelési vastagsag (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

Mds cs6hosszokndl a minimalis szigetelési vastagsag a Hydronic Piping Calculation
eszkdzzel hatdrozhatd meg.

A Hydronic Piping Calculation eszkdz a Heating Solutions Navigator része, amelyet a
kovetkezd webhelyen érhet el: https://professional.standbyme.daikin.eu.

Amennyiben nincs hozzaférése a Heating Solutions Navigatorhoz, forduljon a
forgalmazohoz.

Az ajanlasok betartasaval biztosithatja az egység megfeleld miikodését, de a helyi
szabalyozasok eltéréek lehetnek, amely esetben mindig a szabdlyozadsokat kell
kdvetni.
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9 Elektro

mos bekotések

Ebben a fejezetben

9.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsdnak DEMULATASA ........cvivciiiiiiiiii e 87
9.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsdgi €lGirdsok ..........o.ivviiiiiiiiiiiiicce e 87
9.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozo iranyelvek ... 88
9.1.3 Informaciok az elektromos megfelelésrél 90
9.1.4 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aram 90
9.1.5 Az elektromos csatlakozasok dttekintése a kilsé mikodtets egységek kivételével . 90

9.2 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei 92

9.3 Csatlakozdsok a kultéri egységhez 92
9.3.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez 98
9.3.2 A tapellatds csatlakoztatasa 98
9.3.3 A kiegészité fitéelem tapfesziltségének csatlakoztatdsa 102
9.3.4 Kilsé kiegészitd fitéelem

9.35 A felhasznaloi fellilet csatlakoztatdsa.
9.3.6 Az elzarészelep csatlakoztatasa

9.3.7 Az dramfogyasztas-mérdk csatlakoztatdsa
9.3.8 A hasznélatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa .
9.3.9 A riasztas kimenetének csatlakoztatasa

9.3.10  Atérhités/-f(ités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa..
9.3.11  AKkuls6 héforrasra vald atéllas csatlakoztatdsa

9.3.12  Aramfogyaszté digitalis bemenetek csatlakoztatdsa. ... .coo...ovvveveeeeeeeeeeeeeeeee oo
9.3.13 A biztonségi termosztat csatlakoztatasa (normal zért kapcsolattal)....
9.3.14  Csatlakozds okoshalézathoz

9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartoZ€k) ..ot

9.1 Az elektromos huzalozds csatlakoztatasanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vizcsdvek csatlakoztatva vannak.

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:

= "9 .3 Csatlakozdasok a kiltéri egységhez" [» 92]

9.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi elSirdasok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a vonatkozo orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.
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INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irasok" [» 9] fejezetben.

é FIGYELEM
* Ha a tapelldtasban hidanyzdé vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a

berendezés nem fog mdkodni.

i @

Alakitson ki megfelel§ foldelést. NE foldelje az egységet géazcsdvekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szlkséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kilonésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mdanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

NE szereljen be fazissietteté kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhaté.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziltségl kabelek kozott legaldbb 50 mm tavolsagnak kell
maradnia.

VIGYAZAT
NE helyezzen feleslegesen hosszU vezetékeket az egységbe.

9.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo iranyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték haszndlata javasolt. Sodrott vezeték hasznélata esetén

finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozosarut a vezeték végére.

Sodort vezeték el6készitése felszereléshez
1. médszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést (20 mm) a vezetékekrdl.

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy a tomor vezetékhez hasonld
csatlakozast hozzon létre.

=
4

2. modszer: Kerek csatlakozésaru hasznalata

1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl, és enyhén csavarja meg mindkét vezeték
végét.
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2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozodsarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a

megfeleld eszkdzzel.

=

> D

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 modszereket:

Vezeték tipusa

Felszerelési modszer

Egy maggal rendelkezd
vezeték

Vagy

Megcsavart sodort
vezeték "tomor" véghez
hasonlo véggel

Ci

AA’
tA |_A‘} c_%
g—a a

a Hulldmos vezeték (egy maggal rendelkezd vagy
megcsavart sodort vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek
csatlakozosaruval

L@L_ 4@_@
v X

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

Vv Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Meghuzényomatékok
Elem Meghuzényomaték (Nem)

X1M 2,45 £10%
X2M 0,88 +10%
X3M 0,88 £10%
X4M 2,45 £10%
X5M 0,88 +10%
X7TM 0,88 +10%
X9M 2,45 £10%
X10M 0,88 £10%
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9.1.3 Informacidk az elektromos megfelelésrél

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el6irdsainak (eurdpai/nemzetkozi
mUszaki szabvany, amely meghatdrozza a haztartasi kisfesziltségl rendszerekre
kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatasanak hatarértékeit).

9.1.4 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aram

Az elektromos szolgaltatok a vildg minden tajan igyekeznek megbizhaté elektromos
szolgdltatast nyudjtani versenyképes aron, ezért gyakran 6sztonzik a fogyasztokat
kedvezményes dijszabdssal. Ezek lehetnek kedvezményes napi iddszakok vagy
szezonalis id6szakok, illetve olyan egyéb kilonleges kedvezmények, mint a
Warmepumpentarif Németorszagban és Ausztridban.

Ez a berendezés kedvezményes kWh dijszabasu elektromos dramkorre is
csatlakoztathato.

Erdeklédjon a berendezés (zembe helyezésének helyén illetékes elektromos
szolgaltatonal, hogy csatlakoztathaté-e a berendezés kedvezményes kWh
dijszabdsu elektromos aramkorre, ha van ilyen.

Ha a berendezés ilyen kedvezményes kWh dijszabasd elektromos dramkorre
csatlakozik, az elektromos szolgaltaténak jogaban all:

= bizonyos id6szakokra megszakitani a berendezés aramellatasat;

= megszabni, hogy a berendezés teljesitményfelvétele bizonyos iddszakokban CSAK
korlatozott lehet.

A kultéri egység hidromodulja ugy lett kialakitva, hogy egy bemend jel hatasara
kényszerkikapcsolds Gzemmaodra valtson. Abban a pillanatban a kiltéri egység
kompresszora leall.

Attol figgben, hogy a tapfesziltség folyamatos-e vagy SEM, az egység huzalozasa
kilonbozé.

9.1.5 Az elektromos csatlakozdsok attekintése a kilsé mikodtetd egységek kivételével

Ez a szakasz az aldbbi tdpellatas-elrendezéseket ismerteti:
= Normal kWh-dijszabasu elektromos aram

= Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram kilén normal kWh-dijszabasu
elektromos dram NELKUL

= Kedvezményes kWh-dijszabdst elektromos &ram ES kilén normal kWh-
dijszabdsu elektromos dram

Normal kWh-dijszabasu elektromos aram

Beépitett kiegészits flitGelemmel Kulsé kiegészité flit6elemmel

A Kultéri egység

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hasznalatimelegviz-tartaly

Kils6 kiegészité flitGelem

Elektromos szekrény: Normal kWh-dijszabasu elektromos aram
Tuldram-biztositék

Kompresszormodul

Hidromodul

Kiegészité fitGelem

Segédflitéelem

-0 QO n T OVDO®

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram kiilon normal kWh-dijszabasu
elektromos aram NELKUL

A kedvezményes kWh dijszabdsu tapellatas sordn a tapellatds NEM szakad meg. A
kiltéri egység kompresszormoduljat a vezérlés kikapcsolja.

Megjegyzés: Az elektromos szolgdltaténak minden esetben jéva kell hagynia a
kiltéri egység hidromoduljanak energiafogyasztasat.

Beépitett kiegészits fitbelemmel Kilsé kiegészitd flitéelemmel
o
S1S
b b
X5M/9+10
{ e (14 [e J @
A B

>

Kultéri egység

Hasznalatimelegviz-tartaly

Kils6 kiegészité flitGelem

Elektromos szekrény: Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos daram
Tuldram-biztositék

Kompresszormodul

Hidromodul

Kiegészité fitGelem

Segédflitéelem

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aramkor csatlakozéja

VWD TOVOW®

(%]
=

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram ES kiilon normal kWh-
dijszabasu elektromos aram

A kedvezményes kWh dijszabasu tapelldtds sordn az elektromos szolgéltaté azonnal
vagy bizonyos idé utdn megszakitja a tapellatast. Ebben az esetben a kiltéri egység
hidromoduljat  kilonalld, normal kWh-dijszabdsy elektromos aramrdél kell
mukodtetni.

Beépitett kiegészitd flitbelemmel

KUlsé kiegészitd flitbelemmel

>

Kultéri egység

Hasznalatimelegviz-tartaly

Kils6 kiegészité flitGelem

Elektromos szekrény: Normal kWh-dijszabasu elektromos aram
Elektromos szekrény: Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram

]
NERO®

Q
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Hidromodul

Segédflitéelem

VWD QT

Tuldram-biztositék
Kompresszormodul

Kiegészit6 fitSelem

Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos dramkor csatlakozdja

9.2 Aszabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész V3
4 | 6 8

Tépellatas MCA® 19,9 A 24 A
kabele Feszlltség 220-240V

Fazis 1~

Frekvencia 50 Hz

Vezetékmér Meg KELL felelnie az adott orszagra jellemzé

et huzalozasi szabalyoknak.

3 maggal rendelkez6 kabel

A vezeték mérete az dramerdsségtdl figg, de
legaldbb 2,5 mm?2

Ajanlott kilsé biztositék

20A 25A

Foldzarlatvédelmi dramkor-
megszakitd/aram-
védbkapcsolds készilék

30 mA — Meg KELL felelnie az adott orszagra
jellemz8 huzalozasi szabalyoknak

@ MCA=Minimalis dramkori dramerd@sség. A feltiintetett értékek maximumeértékek.

9.3 Csatlakozasok a kiltéri egységhez

Elem

Leiras

Tapellatas (f6)

Lasd: "9.3.2 A tdpellatds csatlakoztatasa" [» 98].

Tapellatas (kiegészitd
fitéelem)

(beépitett kiegészits
fltéelemmel rendelkez§
kaltéri egység esetén)

Lasd: "9.3.3 A kiegészit6 ftbelem tapfesziltségének
csatlakoztatasa" [» 102].

Kiegészitd fitbelem +
megkeril6szelep

(klsé kiegészité flitGelem
esetén)

Lasd: "9.3.4 Kuls6 kiegészits flit6elem" [» 103].

Felhasznaldi felllet

Lasd: "9.3.5 A felhasznaloi felllet
csatlakoztatdsa" [» 109].

Elzérdszelep

Lasd: "9.3.6 Az elzardszelep csatlakoztatdsa" [» 113].

Aramfogyasztas-mérék

Lasd: "9.3.7 Az aramfogyasztas-mérdk
csatlakoztatasa" [» 114].
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Elem

Leiras

Hasznalatimelegviz-
szivattyu

Lasd: "9.3.8 A hasznalatimelegviz-szivattyu
csatlakoztatasa" [» 115].

Riasztas kimenete

Lasd: "9.3.9 A riasztas kimenetének
csatlakoztatasa" [» 115].

Térh(tés/f(ités vezérlGje

Lasd: "9.3.10 A térh(tés/-flités BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa" [» 116].

Atdllas kilsé héforras-
vezérlésre

Lasd: "9.3.11 A kuils6 héforrasra vald atallas
csatlakoztatasa" [» 117].

Aramfogyaszté digitalis
bemenetek

Lasd: "9.3.12 Aramfogyasztd digitalis bemenetek
csatlakoztatdsa" [» 118].

Biztonsagi termosztat

Lasd: "9.3.13 A biztonsagi termosztat csatlakoztatdsa
(normal zért kapcsolattal)" [» 119].

Okoshaldzat

Lasd: "9.3.14 Csatlakozas okoshalozathoz" [» 120].

WLAN-kazetta

Lasd: "9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa
(mellékelt tartozék)" [» 123]
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Elem

Leiras

Szobatermosztat
(vezetékes vagy vezeték
nélkali)

Vezeték nélkiili szobatermosztat esetén |asd:

= A vezeték nélklli szobatermosztat szerelési
kézikonyve

= Kiegészité kézikonyv az opcionalis
berendezésekhez

Tobbzénas alapegységgel nem rendelkez6
vezetékes szobatermosztat esetén lasd:

= A vezetékes szobatermosztat szerelési
kézikonyve

= Kiegészitd kézikdnyv az opciondlis
berendezésekhez

Tobbzonas alapegységgel rendelkez6
vezetékes szobatermosztat esetén lasd:

= Vezetékes szobatermosztat (digitalis vagy
analég)+tdbbzonas alapegység szerelési
kézikbnyve

= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opcionalis
berendezésekhez

= Ebben az esetben:

- A vezetékes (digitdlis vagy analdg)
szobatermosztatot csatlakoztatnia kell a
tobbzdénas alapegységhez

- A tobbzdénds alapegységet csatlakoztatnia
kell a kultéri egységhez

- A h{tés/fltés mkodtetéséhez relé
beszerelésére is szikség van (nem
tartozék, 1asd az opcionalis berendezések
kiegészit6 kézikonyvét).

Vezetékek: 0,75 mm?

Maximalis Gzemi aram: 100 mA

A f6 z6na esetén:

= [2.9] Vezérlés

= [2.A]KUls6 termosztat tipusa
A kiegészit6 zéna esetén:

= [3.A]KuUls6 termosztat tipusa

= [3.9] (csak olvashato) Vezérlés

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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9 | Elektromos bekotések

Elem Leiras
Hdszivattyu-konvektor m Kilonb6z6 szabdlyozok és bedllitasok érhetdk
el a h@szivattyu-konvektorokhoz.
A bedllitastol fuggben relé beszerelésére is
szUkség van (nem tartozék, lasd az opcionalis
berendezések kiegészit6 kézikbonyvét).
Tovabbi informacio:
= A hdszivattyu-konvektorok szerelési
kézikbnyve
= A hdszivattyu-konvektorok valtozatainak
szerelési kézikonyve
= Kiegészitd kézikbnyv az opciondlis
berendezésekhez
Vezetékek: 0,75 mm?
Maximalis tzemi aram: 100 mA
E A f6 zona esetén:
= [2.9] Vezérlés
= [2.A] KUls6é termosztat tipusa
A kiegészit6 zéna esetén:
= [3.A]KiUls6 termosztat tipusa
= [3.9] (csak olvashatd) Vezérlés
Tavoli kultéri érzékeld m Lésd:
= Atdvoli kiltéri érzékeld szerelési kézikonyve
= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x0,75 mm?
g [9.B.1]=1 (KUls6 érzékeld =Kultéri)
[9.B.2] Kiils6 érzékeld eltolasa
[9.B.3] Atlagolasi idé
Tavoli beltéri érzékeld m Lasd:
= Atavoli beltéri érzékeld szerelési kézikonyve
= Kiegészité kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x0,75 mm?
E [9.B.1]=2 (Kiils6 érzékeld =Szoba)
[1.7] Szobai érzékeld eltolasa

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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9 | Elektromos bekotések

Elem

Leiras

Kényelmi felhasznaldi
feltlet

Lasd:

= A kényelmi felhasznaldi felllet szerelési és
Uzemeltetési kézikonyve

= Kiegészité kézikonyv
berendezésekhez

az opcionalis

Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximalis hossz: 500 m

[2.9] Vezérlés
[1.6] Szobai érzékeld eltolasa

(HMV-tartaly esetén)

3-jaratu szelep

Lasd:

= A 3-jaratu szelep szerelési kézikonyve

= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opcionalis
berendezésekhez
Vezetékek: 3x0,75 mm?
Maximalis Gzemi dram: 100 mA
E [9.2] Hasznalati meleg viz
(HMV-tartaly esetén) m Lasd:
Hasznalatimelegviz-tartdly = A hasznalatimelegviz-tartdly  szerelési
hémérséklet-érzékelsje kézikbnyve
= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opcionalis
berendezésekhez

Vezetékek: 2

A hémérséklet-érzékeld és az 6sszekodté
vezeték (12 m) a hasznalatimelegyviz-
tartdlyhoz van mellékelve. Kilon
megvasarolhatd egy hémérséklet-érzékels
(30 m) is.

[9.2] Hasznalati meleg viz

(HMV-tartaly esetén)

SegédflitGelem tapellatasa
(a kiltéri egység és a
segédfltéelem hévéddje
kozott)

O K

Lasd:

= A hasznalatimelegviz-tartaly szerelési
kézikonyve

= Kiegészité kézikonyv az opcionalis

berendezésekhez

Vezetékek: (2+GND)x2,5 mm?

K

[9.4] SegédfiitGelem

SzerelGi referencia-Utmutato
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Elem

Leiras

(HMV-tartaly esetén)

B

Segédfiitéelem tapellatasa
(az aramforras és a kiltéri
egység kozott)

Lasd:

= A hasznalatimelegviz-tartdly  szerelési
kézikbnyve

= Kiegészité kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez

R

Vezetékek: 2+GND

Maximalis Gzemi daram: 13 A

[9.4] Segédfiitbelem

Aramlaskapcsold

Lasd: az daramlaskapcsolo szerelési kézikdnyve

Vezetékek: 2x0,5 mm?

Qg

A tovabbi alkatrészek helye

Az aldbbi abran azon tovabbi alkatrészek helye lathatd, amelyeket bizonyos
opcionalis készletek hasznalatakor kell felszerelnie a kiltéri egységre.

OR

lII|ll|||ll||||l|||ll||||‘|

/) [ ——
4 . 0
R
| ==—..

a Tartozékok az 6nallo hasznalatimelegviz-tartdlyban (EKHWS*D* és EKHWSU*D*)

al: védérelé
a2: csatlakozoblokk

o

tartalyhoz (EKHY3PART2)

-0 QN

Csatlakoztatdsi készlet beépitett termosztattal rendelkezd, kilsé gyartotdl szarmazo

Aramlaskapcsold (EKFLSW?2)
Kommunikacios PCB (A8P: EKRP1AHTA)
Digitalis KI/BE PCB (A4P: EKRP1HBAA)
Okoshaldzat relékészlete (EKRELSG)
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9 | Elektromos bekotések

9.3.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

1 Nyissa fel a szervizfedelet. Lasd: "7.3.2 A kiltéri egység felnyitasa" [» 70]. Ha
szikséges, forditsa el a kapcsolddobozt. Lasd: "7.3.3 A kapcsolédoboz
elforditasa" [» 70].

2 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
Yarva
v X

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tulsdgosan lecsupaszitja, az dramitést vagy zérlatot okozhat

3 Helyezze a kdbeleket az egység hatuljdba, és vezesse at 6ket az egységen a
megfelel§ csatlakozoblokkokhoz.

+—8
b—9 @_d

Nagyfeszlltségl opcidk

Kisfeszlltségli opcidk

¢ Akiegészité flitGelem tapellatasa (beépitett kiegészits flitéelemmel rendelkezd
egység esetén)
A kiegészitd flitGelem kabele (kilsd kiegészitd flitGelem esetén)

d AZegység tapelldtasa

4 Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelel§ kivezetésekhez, és rogzitse a
kabeleket kabelrogzitékkel.

T o

9.3.2 A tdpellatds csatlakoztatdsa
Ez a szakasz a tdpellatas csatlakoztatdsanak 2 lehetséges maddjat ismerteti:
= Normal kWh-dijszabasu elektromos dram esetében

= Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram esetében

Normal kWh-dijszabasu elektromos aram esetében

Normal kWh- Vezetékek: IN+GND
(/juszabasu elektromos | \ayimalis tizemi dram: lasd az egységen taldlhato
aram adattdblat.

1 Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozds csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Végezze el a csatlakoztatast az aldbbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Q1DI

1N~, 50 Hz,
220-240 VAC

— u;_f\a’
: (@DD D.D:D.DDDEE

O |

i

= e

B
) @2 (T

[/

3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram esetében

Kedvezményes kWh-
dijszabdsu elektromos
aram

Vezetékek: IN+GND

Maximalis Gzemi dram: lasd az egységen taldlhaté
adattablat.

Kulén normal kWh-
dijszabdsu elektromos
aram

Vezetékek: 1N

Maximalis Gzemi aram: 6,3 A

Kedvezményes kWh-
dijszabdsu elektromos
aramkor csatlakozdja

Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maximalis hossz: 50 m.

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos
aramkor csatlakozéja: 16 V DC jelzés (a
fesziltséget a PCB biztositja). A feszlltségmentes
csatlakozonak minimum 15V DC, 10 mA
aramerd@sséget kell vezetnie.

=

[9.8] Kedvezményes elektromos aram

1 Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa a kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aramot.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
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1N~, 50 Hz,
220-240 VAC

-
[ee]
o
°
-
=z
]

A
—
[

xiv HE
- 65 g 1)

3 Ha szlUkséges, csatlakoztassa a kilon normal kWh-dijszabdsu elektromos

aramot.
. INFORMACIO
l A kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos aram bizonyos tipusai esetén kilon

normal kWh-dijszabasu elektromos dramot kell biztositani a kiltéri egységnek. Erre
az aldbbi esetekben van sziikség:

® ha az aktiv kedvezményes kWh-dijszabasu tapellatas megszakad, VAGY

* ha nem engedélyezett a kiltéri egység hidromoduljanak aramfogyasztdsa a
kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aramrél, amikor a modul aktiv.

-1

X2M.5

N 1N~, 50 Hz,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
230VAC,6.3A 1
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9 | Elektromos bekotések

5 Kilén normal kWh-dijszabdsu elektromos dram esetében viélassza le az X11Y
pontot az X11YA pontrdl, és csatlakoztassa az X11Y pontot az X11YB ponthoz.

= [l

IEI‘:"
==
m

“IEEEEIEIIEH[:“

f ooos 2
b

6 Akabeleket rogzitse kabelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.
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9.3.3 A kiegészits flit6elem tapfesziltségének csatlakoztatdsa

Ez a szakasz csak a beépitett kiegészitd fltSelemmel rendelkez6 modellekre
vonatkozik. Kilsé kiegészit§ flt6elem esetén az utasitasokat lasd: "9.3.4 Kulsé
kiegészité flitéelem" [» 103].

Kiegészit6 fiitGelem Tapellatas Vezetékek
tipusa
*3V IN~ 230V 2+GND

E [9.3] Kiegészits fiitGelem

FIGYELEM

A kiegészitd flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tapellatassal, és a vonatkozo

jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapellatasat és a foldkabelt.

Csatlakoztassa a kiegészit6 flt6elem tapellatasat az alabbiak szerint:

1 Férjen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozds csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa a tdpelldtds kabelét (a foldelést is beleértve) a megfelel
kivezetésekhez az alabbi dbranak megfeleléen.

-
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I

F1B Tularam-biztositék (nem tartozék). Ajanlott biztositék: 2 pdlusu, 16 A-es; 400 V-os
gorbe; C kioldasi karakterisztika.
Q1DI Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakitd (nem tartozék)
X6M Kivezetés (nem tartozék)

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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&S 180° [E—— )

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.4 Kuls6 kiegészitd flitGelem
Beépitett kiegészit6 flt6elemmel nem rendelkez6 modellek esetén beszerelheti
kilsé kiegészitd fltéelemet (EKLBUHCB6W1).

Ha igy tesz, bizonyos korilmények kozott egy megkeril&szelep-készletet is be kell
szerelnie (EKMBHBP1).

Lasd:
= "A kiegészité flit6elem csatlakoztatasa" [» 103]
= "Mikor van sztkség megkeril&szelep-készletre?" [» 107]

= "A megkerUl&szelep-készlet csatlakoztatasa" [» 108]

A kiegészit6 flitGelem csatlakoztatasa

A kils6 kiegészit6 fltSelem beszerelését a ft6elem szerelési kézikdnyve ismerteti.
A kézikdonyv egyes |épései helyett azonban az aldbb megadott informaciokat kell
kovetni. Ez az aldbbiakat érinti:

= Akiegészité flit6elem tdpellatasanak csatlakoztatasa

= Akiegészité fit6elem csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

Vezetékek: lasd a kiegészitd fltbelem szerelési kézikonyvét

E [9.3] Kiegészits fiitGelem

A kiegészit6 fit6elem tapellatasanak csatlakoztatasa

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapellatasat és a foldkabelt.

é FIGYELEM

A kiegészit6 flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tdpellatdssal, és a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

A konfiguralastdl (az X14M vezetékeitsl és a [9.3] Kiegészitd flitbelem
bedllitdsaitol) fliggben a kiegészité flit6elem kapacitasa eltérd lehet. Az alabbi

tablazatban leirtak szerint gy6z6djon meg réla, hogy a tapellatds dsszhangban van
a kiegészit6 ft6elem kapacitasaval.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Kiegészit6 Kiegészit6 Tapellatas Maximalis Z...(Q)
flitéelem tipusa | fiit6elem lizemi dram
teljesitménye
*6W 3 kW 1IN~ 230V 13 A —
6 kW IN~ 230V 26 AL —
6 kW 3N~ 400V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

@ £z a berendezés abban az esetben felel meg az EN/IEC 61000-3-11 szabvanynak (eurdpai/

(b

nemzetkdzi miszaki szabvany, amely meghatarozza a haztartasi kisfesziiltség(i
rendszerekre kapcsolt, fazisonként <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatdsanak hatarértékeit), ha a kozcélu haldzathoz csatlakozasi ponton a Z
haldzati impedancia kisebb vagy egyenld, mint Z.,. A szereld vagy a felhaszndlo
felel6ssége, hogy — akar az elektromos szolgaltatéval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés csak olyan tapellatasra legyen csatlakoztatva, amelynek a
Z,,, halozati impedanciaja kisebb vagy egyenld, mint Z, ..

Az elektromos berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el8irasainak (eurdpai/
nemzetkdzi miszaki szabvany, amely meghatarozza a haztartasi kisfesziltségi
rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések
harmonikus aramkibocsatasanak hatarértékeit).

sys

1 Csatlakoztassa a kiegészit§ fltdelem tapellatdsat. Az F1B-hez 4 pdlusu
biztositékot kell hasznalni.

2 Haszikséges, modositsa a csatlakozast az X14M kivezetésen.

Kapacitas — F1B X14M
tapellatas
3kw, 1IN~ 230V _F1B_ X14M

6 kW, 1IN~ 230V

€91EDEDIEDIEDEY
LN NN
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Kapacitas — F1B X14M
tapellatas
6 kw, 3N~ 400 V _F1B_
9 kW, 3N~ 400 V [j
Al

L1 L2 L3 N

3N~, 50 Hz
400V AC

;

3 Akdbeleket rogzitse kdbelszoritdkkal a kabelrdgzité pontokhoz.

A kiegészité flit6elem csatlakoztatasakor el6fordulhat huzalozasi hiba. A lehetséges
huzalozasi hibak kisz(irése érdekében ajanlott a flitéelemek ellenallasértékének
mérése. A kapacitdstol és a tapellatastol figgben a kovetkez6 ellendllasértékek
mérhetbek (lasd az aldbbi tablazatot). Az ellendllasértékeket MINDEN ESETBEN a
K1M, K2M és K5M csatlakozdtagokon kell mérni.

3 kw 6 kw 6 kw 9 kW
1IN~ 230V 1IN~ 230V 3N~ 400V 3N~ 400V
K1mM/1 K5M/13 52,90 52,90 oo oo
K1M/3 oo 105,8 Q 105,8 Q 105,8 Q
K1M/5 oo 158,7 Q 105,8 Q 105,8 Q
K1M/3 K1M/5 26,50 52,90 105,8 Q 105,8 Q
K2M/1 K5M/13 oo 26,5Q oo oo
K2M/3 oo oo 52,90 52,9Q
K2M/5 oo oo 52,9Q 52,9Q
K2M/3 K2M/5 52,9Q 52,9Q 52,9Q 52,9Q
K1M/5 K2M/1 oo 132,30 oo oo
Példa a K1IM/1 és a K5M/13 kozotti ellendllas mérésére:
K1M K2M
© ©
1 3513 13513
BRR® RRRP
RRRP RRARP
2 4 614 2 4614
Q| 3 :
IS
1 K5M
5558
RRIDRP
2 4 614
&
EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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A kiegészit6 flit6elem csatlakoztatasa a kiiltéri egységhez

A vezetéket az aldbbiak szerint kell csatlakoztatni a kiegészité flit6elem és a kiltéri

egység kozott:

A
xam{1[2[3]a[5] xsm|1]2]
1 1 1 1 1 1
I H
1 1 1 1 1 1
B P :
xismle[7[8]o10] x1sm[1]2]
HV Lv

EKLBUHCB6W

A Kiltéri egység
B Kiegészits flitGelem
HV Nagyfesziltségli csatlakozok (kiegészité fit6elem hévédbje + kiegészits flitGelem
csatlakozasa)
LV Kisfeszlltségl csatlakozo (kiegészits flitGelem hémérséklet-érzékelbje)

MEGJEGYZES
A magas és az alacsony fesziltség(i kabelek kozott legaldbb 50 mm tévolsagnak kell

maradnia.

1 A kiegészitd f(it6elemen csatlakoztassa az LV és a HV kdbelt a megfelel§
kivezetésekhez az aldbbi dbranak megfeleléen.

e

F1B

OofOo]|O|0

2 A kUltéri egységen csatlakoztassa az HV kabelt a megfelel§ kivezetésekhez az
aldbbi dbranak megfelelen.

N—
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b

50060

®

=0 000",

3 A kiltéri egységen csatlakoztassa az LV kabelt a megfelel§ kivezetésekhez az
alabbi abranak megfelel8en.

& - o )

4 Akdbeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kdbelrégzité pontokhoz.

Mikor van sziikség megkeriilGszelep-készletre?

Olyan visszafordithatd (ftés+h(ités) rendszerekbe, amelyekbe be lett szerelve
kilsé kiegészit flitGéelem, az EKMBHBP1 szelepkészletet is be kell szerelni, ha a
kiegészité flitéelem belsejében paralecsapddas varhato.
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31 - 31
A
28 7128
//‘,/
25 L 25
el R4
22/ |22
o o
< 19 L19 <
< <

A
164 / 16

B (°C DB)

A Kilépd viz evaporatoranak hémérséklete
B Szdraz h6mérséklet
Relativ paratartalom 40%
—&— Relativ paratartalom 60%
—A— Relativ pdratartalom 80%

Példa: Adott a 25°C-0s kiilsé hémérséklet és a 40%-os relativ paratartalom. Ha a
kilép& viz evaporatoranak hémérséklete <12°C, kondenzviz keletkezik.

Megjegyzés: Tovabbi informaciokért tekintse meg a pszichrométer tablazatot.

A megkeriilGszelep-készlet csatlakoztatasa

A megkerll&szelep-készlethez mellékelt Utmutatd helyett a jelen szakaszban
megadott informaciokat kell kovetni.

Vezetékek: 3x0,75 mm?

A megkerUl&szelep-készlet alkatrészei az alabbiak. Csak a B és a D alkatrészre lesz
szlksége.

(C) (D)

X X v

1 Szerelje be a B és a D alkatrészt a rendszerbe az aldbbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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| Cu |Alpex
18°C[0.25m | 0.1 m
5°C |0.5m | 02m

2 A kultéri egységen csatlakoztassa a B alkatrészt a megfelel§ kivezetésekhez az
alabbi dbranak megfelelSen.

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.5 A felhasznaldi felllet csatlakoztatasa

Ez a szakasz az alabbiakat ismerteti:

= Afelhasznaldi felllet kabelének csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 | 4 DAIKIN
Daikin Altherma 3 M
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= A felhaszndldi felllet felszerelése és a kdbelének a csatlakoztatdsa a felhasznaléi
felUlethez.

= (Ha szikséges) A felhasznaloi felllet el6lapjanak eltavolitasa a felllet
felszerelését kdvet&en.

A felhasznaldi feliilet kabelének csatlakoztatdasa a kiiltéri egységhez

Vezetékek: 4x(0,75~1,25 mm?)
Maximalis hossz: 200 m

E [2.9] Vezérlés

[1.6] Szobai érzékeld eltolasa

1 Férjen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa a felhaszndloi felllet kabelét a kiltéri egységhez. A kabeleket
rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrogzité pontokhoz.

a Felhasznaldi felulet: a miikodtetéshez sziikséges. Az egységhez van mellékelve
tartozékként.

(6@ 66—
X5M S

MBETE
Y

A felhasznaloi feliilet felszerelése és a kabelének a csatlakoztatasa a felhasznaldi
fellilethez

A felhasznaldi felllet aldbbi tartozékaira van szilksége (ezeket a kiszéllitott egység
tetején talalja):

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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ElUls6 lemez
Hatso lemez
Csavarok
Tiplik

S n T O

1 Szerelje fel a hatsé lemezt a falra.

* Hasznalja a 2 csavart és a tipliket.
» A 6 furat kozul barmelyiket hasznalhatja. A furatok a szabvanyos, 60 mm
atmérdjl szerelvénydobozokkal kompatibilisek.

a Furatok
b Szerelvénydoboz (nem tartozék)

2 Csatlakoztassa a felhasznaldi felllet kdbelét a felhasznaloi felllethez.

» Valasszon ki egyet a 4 lehetséges vezetékbemenetbdl (a, b, ¢ vagy d).
* Ha a bal vagy jobb oldali bemenetet valasztja, készitsen egy furatot a
kabelnek a készllékhaz azon részén, ahol a készllékhaz anyaga vékonyabb.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAOA~0SE2V3+E23V3 P DAIKIN
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A
c
d—
<
S o9ollle
o et o
| %

a Felsé oldal
b Bal oldal

c Also oldal
d Jobb oldal

3 Szerelje fel az ellls6 lemezt.
* |llessze a rogzit6esapokat a megfelel§ nyildshoz, majd nyomja az elilsé

lemezt a hatsd lemezhez, amig az elllsé lemez egy kattanassal a helyére

nem kerdl.
» A csatlakozotlk automatikusan csatlakoznak a megfelel§ csatlakozdhoz.

a Rogzitéesapok
b Csatlakozotlk

A felhasznaloi feliilet el6lapjanak eltavolitasa a feliilet felszerelését kdvetGen

Ha el kell tdvolitania a felhasznaldi felllet el6lapjat a felhaszndldi felllet
felszerelését kovetben, az aldbbiak szerint jarjon el:

1 Tavolitsa el a WLAN-kazettat és az USB-memdriaeszkdzt (ha vannak).

2 Nyomja meg a hatsé lemezt azon a 4 helyen, ahol a rogzitéfilek talalhatok.

SzerelGi referencia-Utmutato 'DA’K’N EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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9.3.6 Az elzardszelep csatlakoztatdsa

INFORMACIO

[ J

l Példa az elzardszelep hasznalatara. Ha egyetlen kilépd vizh6mérsékleti zonaval,
illetve padloflités és hészivattyu-konvektorok kombinaciojaval dolgozik, szereljen be
egy elzardszelepet a padlofiités el6tt, nehogy para csapodjon le a padlon, amikor a
rendszert h(itésre hasznalja.

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis Gzemi aram: 100 mA
PCB altal biztositott 230 V AC

Férijen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

[

2 Csatlakoztassa a szelepvezérlé kabelt a megfelel§ kivezetésekre az aldbbi
illusztracionak megfeleléen.

MEGJEGYZES
Kizardlag NO (normal nyitott) szelepeket csatlakoztasson.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.7 Az aramfogyasztas-mérdk csatlakoztatdsa

Vezetékek: 2 (mérénként)x0,75 mm?

Aramfogyasztas-mérék: 12 V DC impulzusjelzés (a feszlltséget a PCB
biztositja)

E [9.A] Energiamérés

INFORMACIO

Ha az dramfogyasztds-mérén nincs tranzisztoros kimenet, ellendrizze a polaritast. A
pozitiv polaritasu oldal csatlakozasi helye X5SM/6 és X5M/4, a negativ polaritasu oldal
csatlakozasi helye pedig X5SM/5 és X5M/3 KELL, hogy legyen.

i

1 Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa az aramfogyasztdas-mérdék kabeleit a megfelel kivezetésekre az
aldbbi illusztracionak megfelel&en.

awo"

X5M
h 4
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3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz.

9.3.8 A haszndlatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa

Vezetékek: (2+4GND)x0,75 mm?

HMV-szivattyukimenet. Maximalis terhelés: 2 A (bedmlés), 230V AC, 1 A
(folyamatos)

E [9.2.2] HMV-szivattyd

[9.2.3] HMV-szivattyu program

Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

Csatlakoztassa a  hasznalatimelegviz-szivattyy  kabelét a  megfeleld
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfeleléen.

3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kdbelrdgzité pontokhoz.

9.3.9 Ariasztas kimenetének csatlakoztatasa

Vezetékek: (2+1)x0,75 mm?

Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Riasztas kimenete

Férijen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

Csatlakoztassa a riasztas kimenetének kabelét a megfelel§ kivezetésekre az
alabbi illusztraciénak megfelelGen.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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—Q 142 | Ariasztas kimenetéhez
2 1 csatlakoztatott vezetékek
x2m| 7
m 3 X2M és A4P kozotti vezeték
i3 A4P | Az EKRP1HBAA felszerelése
szlkséges.

a Az EKRP1HBAA felszerelése szlikséges.

FIGYELEM
Lecsupaszitott vezeték. Ugyeljen arra, hogy a lecsupaszitott vezeték ne

érintkezhessen az alsé lemezen esetlegesen megalld vizzel.

3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.10 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének csatlakoztatdsa

INFORMACIO

°
l A hités csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

Vezetékek: (2+1)x0,75 mm?
Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

1 Férjen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa a térh(ités/f(ités BE/KI kimeneti kabelét a megfelels
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfelel&en.
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—Q 142 | A térh(tés/-fités BE/KI kimenetéhez
2 1 csatlakozo vezetékek
xam| 7
I———Ig 3 X2M és A4P kozotti vezeték
i3 A4P | Az EKRP1HBAA felszerelése
szlkséges.

a Az EKRP1HBAA felszerelése szlikséges.

FIGYELEM
Lecsupaszitott vezeték. Ugyeljen arra, hogy a lecsupaszitott vezeték ne

érintkezhessen az alsé lemezen esetlegesen megalld vizzel.

3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.11 A kuUlsé h6éforrasra vald atéllas csatlakoztatdsa

INFORMACIO

A bivalens mUkodés csak 1 kilép6 vizhémérsékleti zéna esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

i

= szobatermosztatos szabalyozas, VAGY

= klls§ szobatermosztatos szabalyozas.

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC
Minimalis terhelés: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalens

1 Férjen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozds csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez" [» 98].

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 | 4 DAIKIN
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2 Csatlakoztassa a

ktls6 héforrasra  vald

atallas

kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfelelGen.

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

kabelét

a Az EKRP1HBAA felszerelése sziikséges.

9.3.12 Aramfogyaszté digitalis bemenetek csatlakoztatasa

a

megfelel§

Vezetékek: 2 (bemeneti jelenként)x0,75 mm?

Aramforras-korlatozas digitalis bemenetei: 12 V DC/12 mA jelzés (a
feszlltséget a PCB biztositja)

k=l

[9.9] Energiafogyasztas-vezérls.

1 Férjen hozza az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos

huzalozas csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa az daramfogyasztd digitdlis bemeneteinek kabelét a megfeleld
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfeleléen.

YA

S6S (DI4)

S7S(DI3)
$8S (DI2)

~.S9S (D)

——————— ]

SzerelGi referencia-Utmutato

118

PDAIKIN

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05




9 | Elektromos bekotések

\ :
"> & 66

a Az EKRP1AHTA felszerelése szikséges.

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.13 A biztonsagi termosztat csatlakoztatasa (normal zart kapcsolattal)

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis hossz: 50 m

Biztonsagitermosztat-csatlakozas: 16 V DC jelzés (a fesziltséget a PCB
biztositja). A feszlltségmentes csatlakozonak minimum 15V DC, 10 mA
aramerd@sséget kell vezetnie.

1 Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozds csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa az (alapesetben zart) biztonsagi termosztat kabeleit a
megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfelelen.

WC,
D'

=

a Tavolitsa el az athidalot

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrdgzité pontokhoz.
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MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi termosztat kivélasztasa és felszerelése soran a

vonatkozé jogszabalyoknak megfelelen jarjon el.

A biztonsagi termosztat akaratlan kioldasdnak megakaddlyozadsa a kovetkezdket
javasoljuk:

* A biztonsagi termosztat legyen automatikusan visszaallithato.
= A biztonségi termosztat h6mérséklet-ingadozésa legfeljebb 2°C/perc legyen.

= Legyen legaldbb 2 méter tavolsag a biztonsagi termosztat és a hasznélatimelegviz-
tartalyhoz mellékelt motoros 3 jaratu szelep kozott.

MEGJEGYZES
Hiba. Ha eltavolitja az athidaldt (nyitott dramkor), de NEM csatlakoztatja a biztonsagi

termosztatot, 8H-03 ledllitasi hiba fog bekovetkezni.

9.3.14 Csatlakozas okoshaldzathoz
Ez a szakasz a klltéri egység okoshaldzathoz vald csatlakoztatdasanak 2 lehetséges
modjat ismerteti:
= Kisfesziltségli okoshaldzati csatlakozok esetén

= Nagyfeszlltségl okoshaldzati csatlakozok esetén. A csatlakoztatdshoz be kell
szerelni az okoshaldzat relékészletét (EKRELSG).

A 2 bemeneti okoshaldzati csatlakozé a kovetkez6 okoshdlézati mdédokat képes

aktivalni:
Okoshalézati csatlakozé Okoshalézati lizemmod
(1] (2]
0 0 Szabad uzem
0 1 Kényszerkikapcsolas
1 0 Ajanlott be
1 1 Kényszeritett be

Az okoshalézati impulzusmérd hasznalata nem kotelezé:

Ha az okoshalézati impulzusméra... Akkor a [9.8.8] Korlatozas
beallitdsa kW-ban...

Hasznalatban van Nem alkalmazhato

([9.A.2] Aramfogyasztas-mérs 2 #
Nincs)

Nem hasznalt Alkalmazhatdé

([9.A.2] Aramfogyasztas-mérd 2=
Nincs)

Kisfesziiltségli okoshalozati csatlakozok esetén

Vezetékek (okoshalézat impulzusmérdije): 0,5 mm?2

Vezetékek (kisfeszultségli okoshaldzati csatlakozdk): 0,5 mm?
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120 Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



9 | Elektromos bekotések

9.8.4]=3 (Kedvezményes elektromos aram=0koshalézat)
9.8.5] Okoshaloézati lzemmdd

[
[
[9.8.6] Elektromos fitbelemek engedélyezése
[9.8.7] Szobapufferelés engedélyezése

[

9.8.8] Korlatozas bedllitasa kW-ban

Az okoshaldzatot az aldbbiak szerint kell bekotni kisfeszlltségl csatlakozok esetén:

X5M

[3]4]5]6]9]10]13]14]

o 0/

S4S S11S S10S

a

sas
@/s10s
A/s11s

Athidalé (gyarilag beszerelve). Ha biztonsagi termosztatot (Q4L) is csatlakoztat,
cserélje le az athidalot a biztonsagi termosztat vezetékeire.

Okoshaldézati impulzusméré (opcionalis)

Kisfeszultségl okoshdldzat 1. csatlakozoja

Kisfesziltségl okoshalozat 2. csatlakozoja

1 Férjen hozzd az elektromos csatlakozdsokhoz. Lasd: "9.3.1 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 98].

2 Csatlakoztassa a vezetékeket az alabbiak szerint:

3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

Nagyfesziiltségili okoshalozati csatlakozdk esetén

Vezetékek (okoshalézat impulzusmérdje): 0,5 mm?

Vezetékek (nagyfesziiltségli okoshaldzati csatlakozdk): 1 mm?2

E [9.8.4]=3 (Kedvezményes elektromos aram=0koshalézat)
[9.8.5] Okoshaldézati Uzemmdd

[9.8.6] Elektromos fiitbéelemek engedélyezése

[9.8.7] Szobapufferelés engedélyezése

[9.8.8] Korlatozas beallitasa kW-ban

Az okoshdlézatot az aldbbiak szerint kell bekdtni nagyfeszlltségl csatlakozdk

esetén:

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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X5M X5M
xtom[1]2]3]4]| [10[9]6]5]| [14]13]4]3]

AT F

,\6- l\a. K1A K2A K1A K2A S4S
a b c d
Nt T T
STEP 3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Az okoshaldzat relékészletének beszerelése
STEP 2 Kisfeszlltségl csatlakozok
STEP 3 Nagyfeszlltségli csatlakozok
o Nagyfeszlltségl okoshaldzat 1. csatlakozdja
(2] Nagyfeszlltségl okoshaldzat 2. csatlakozdja
K1A Az okoshaldzat 1. csatlakozdjanak reléje
K2A Az okoshaldzat 2. csatlakozdjanak reléje
a,b Arelék tekercsoldala
c,d Arelék érintkez6oldala
e Athidalé (gyarilag beszerelve). Ha biztonsagi termosztatot (Q4L) is csatlakoztat,
cserélje le az athidalot a biztonsagi termosztat vezetékeire.
S4S  Okoshdlozati impulzusmérd (opcionalis)

1 Szerelje be az okoshaldzat relékészletének alkatrészeit az aldbbiak szerint:

< d
o< 4
W a

@ %2

& ” b K1A K2A

—_—
DAIKIN EUROPE N.V.
————

X10M

K1A Az okoshaldzat 1. csatlakozdjanak reléje
K2A Az okoshaldzat 2. csatlakozdjanak reléje
X10M Csatlakozodblokk
Az X10M csavarjai
A K1A és K2A csavarjai
A nagyfesziltségl vezetékekre elhelyezendd matrica
A relék és az X5M kozotti vezetékek (AWG22, narancssarga)
Arelék és az X10M kozotti vezetékek (AWG18, voros)

D n T O

N\

N

Al

N

= =

®

i
.||+ o ogh

7

=]

=
o »
! 0
| 4o

coeconoE=
7
00

S4S  Okoshalozati impulzusmérd (opcionalis)
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— co - )

(1] Nagyfesziltségl okoshaldzat 1. csatlakozoja
(2] Nagyfesziltségl okoshaldzat 2. csatlakozdja

4 A kabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz. Ha sziikséges,
kotegelje a kabel megmaradt részét kabelrogzitével.

9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék)

k=l

[D] Vezeték nélkuli atjard

1 Helyezze be a WLAN-kazettdt a beltéri egység felhasznaldi fellletén taldlhaté
nyilasba.
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10 Konfiguralas

INFORMACIO

[ ]
l A hités csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

Ebben a fejezetben

101 ALEKINTES: KONFIGUIAIAS. .......vooeeeeeeceeee ettt
10.1.1  Aleggyakrabban hasznalt parancsok elérése
10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatdsa a kapcsoldodobozhoz
10.2  Konfiguralas varézslo

10.3  Lehetséges képernydk
10.3.1  Lehetséges képernydk: Attekintés...
10.3.2  Kezd6képerny6
10.3.3  Fémenu képernydje ..
10.3.4  Meni képernyé.........
10.3.5  Célhémérséklet képernydje
10.3.6  Ertékeket megjelenitd részletképernyd..
10.4  El6re bedllitott értékek és programok
10.4.1 Az el6re bedllitott értékek hasznalata
10.4.2  Programok beallitdsa és hasznalata
10.4.3  Programozas képernyé: Példa
10.4.4 Az energiadrak beallitasa
10.5  IAGJArASTUZEE BOIDE ...ttt s ettt a et s ettt s et s ettt ettt
10.5.1  Miaz az id&jarasfuggd gorbe? .....
10.5.2 2 pontos gorbe
10.5.3  Gorbeeltolasos gorbe
10.5.4  |dgjarasfuggs gorbék hasznalata
106 BEAIMASOK MENU 1.viiiiiit ettt bbbttt h sttt b bbbttt
10.6.1  Meghibdsodas ...
10.6.2
10.6.3
10.6.4  Kiegészit6 zona..
T10.6.5  TEITULES/TEINUTES ....vivieieeee ettt
10.6.6  Tartély
10.6.7  Felhaszndldi beallitasok.
10.6.8  Informacid
10.6.9  Szerel6i beallitasok
10.6.10 Belizemelés
10.6.11 Felhasznaloi profil
10.6.12  Uzemeltetés
10.6.13
10.7  Menuszerkezet: Felhasznaldi beallitasok attekintése.
10.8  Menuszerkezet: SzerelGi bedllitasok attekintése

10.1 Attekintés: Konfiguralas

Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer felszerelés utani
konfiguralasahoz.

Miért

Ha NEM dllitja be megfelel6en a rendszert, elképzelhetd, hogy NEM a vart mddon
fog mikodni. A konfiguralas a kovetkezéket befolyasolja:

= A szoftver szamitdsait
= Afelhaszndldi fellleten lathaté és végrehajthato elemeket
Hogyan

A rendszert a felhasznaldi fellleten keresztil allithatja be.
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10 | Konfiguralas

= Els6 alkalom — Konfiguralds vardzslo. Amikor el6szor kapcsolja BE a felhasznaloi
fellletet (az egységen keresztiil), egy konfigurdlds varazsld segit beallitani a
rendszert.

= Inditsa Gjra a konfigurdlas vardzslét. Miutdn a rendszer be lett allitva, barmikor
Ujraindithatja a konfigurdlds varazslot. A konfigurdlds vardzslé Ujrainditdsahoz
lépjen a Szerel6i bedllitasok > Beadallitas varazsld menipontra. Az

Szereldi

parancsok elérése" [» 126].

Yo’

beallitdsokeléréséhez l1asd: "10.1.1 A leggyakrabban hasznalt

= A késb6bbiekben. Ha sziikséges, a konfigurdldast a menuUszerkezetben vagy a
bedllitasok attekintésében mddosithatja.

INFORMACIO

°
l Miutdn a konfigurdlds varazsld lefutott, a felhasznaloi fellleten egy attekintd

képernyé jelenik meg, amelyen a rendszer kéri a beallitdsok megerdsitését. A
megerdsitést kovetéen a rendszer Ujraindul, és a kezd6képernyd jelenik meg.

A beallitasok elérése — Jel6lések a tablazatokban

A szerel6i beallitdsokat két kilonbdz6 modszerrel érheti el. NEM minden beallitas
érheté el azonban mindkét mddszerrel. Ebben az esetben az ebben a fejezetben
taldlhaté tablazatok megfeleld oszlopaban az N/A (nem alkalmazhatd) jelolés

szerepel.

Modszer A tablazatok oszlopa
A beallitdsok elérése a kezd6menii képernyGjén vagy #
a meniiszerkezeten bellli navigacids Utvonalon Példaul: [2.9]
keresztil. A navigacios elemek engedélyezéséhez
nyomja meg a ? gombot a kezdSképernyén.
A bedllitasok elérése a helyszini bedllitasok Kéd

attekintésében taldlhaté kddon keresztil.

Példaul: [C-07]

Lasd még:

= "Hozzaférés a szerelbi bedllitdsokhoz" [» 127]

= "10.8 Menuszerkezet: SzerelGi beallitasok attekintése" [» 228]

10.1.1 Aleggyakrabban hasznalt parancsok elérése

A felhasznal6i jogosultsagi szint médositasa

A felhaszndldi jogosultsagi szintet a kbvetkezEképp mddosithatja:

1

B

8 Felhasznaloi profil

Lépjen a [B] pontra: Felhasznaldi profil. (Qsc-O

kodot.

Adja meg a felhasznaldi jogosultsagi szintnek megfelel§ PIN- —

= BOngéssze végig a szamjegyek listajat,
kivalasztott szamjegyet.

és modositsa a O+ @,

= Mozgassa a kurzort balrél jobbra. ©---0
= Erdsitse meg a PIN-kddot, és |épjen tovabb. Q-0

SzerelGi referencia-Utmutato
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Szerel6 PIN-kédja

A Szereld PIN-kédja 5678. A rendszer Ujabb mentelemekkel és szerel8i
beallitasokkal bévlt.

Szereld

A haladé felhaszndlé PIN-kddja

A Haladé felhasznald PIN-kddja 1234. Most mar lathatdva valtak a tovabbi
menipontok.

Haladé felhasznalé

1234

A felhasznalé PIN-kddja
A Felhaszndlo PIN-kodja 0000.

Felhasznalo

0000

Hozzaférés a szerelGi beallitasokhoz

1 Allitsa a felhasznaléi jogosultsagi szintet Szereld értékre.

2 Lépjena[9] pontra: Szereldi beallitasok.

Beallitas attekintésének modositasa
Példa: Mddositsa az [1-01] elemet 15-rél 20-ra.

A legtdobb bedllitds a menUszerkezetbdl konfigurdlhaté. Ha barmilyen okbdl
modositani szikséges valamely bedllitast a bedllitdsok attekinté fellletén, az a
kovetkezEképp érhetd el:

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa” [» 126].

2 |Lépjena[9.l] pontra: Szereldi bedllitasok >Helyszini QO
beallitdsok attekintése.

3 | A bal oldali tekerékapcsold forgatdsdval valassza ki a beallitas @O
elsé részét, majd a tekerékapcsold benyomasaval erésitse meg.

W N - O
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4 | A bal oldali teker6kapcsold forgatdsaval valassza ki a beallitas ©---0
masodik részét
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 |Ajobb oldali teker6kapcsold forgatasaval allitsa az értéket 15- 0@
rél 20-ra.
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 | Abal oldali teker8kapcsold benyomdsaval erésitse meg az Uj Q-0
bedllitast.
7 | Nyomja meg a kozépsé gombot a kezd6képernybre vald "
visszatéréshez.

INFORMACIO

Miutdn moddositotta a bedllitasokat az attekinté fellleten, és visszalép a
kezd6képernydre, a felhasznaldi fellleten egy felugro képernyd jelenik meg, amely a
rendszer Ujrainditasat kéri.

i

A megerdsitést kovetéen a rendszer Ujraindul, és a legutobbi modositasok életbe
|épnek.

10.1.2 A PC-kabel csatlakoztatasa a kapcsolédobozhoz

El6feltétel: A(z) EKPCCAB4 készlet szlikséges.
1 Csatlakoztassa a kabel USB-csatlakozdjat a szamitégéphez.

2 Csatlakoztassa a kabel csatlakozéjat az A1P egység (hydro PCB) elemén
taldlhaté X10A bemenethez.

. O DeOoOoO] ‘_
= DD:DHDDD:, RO
o oEm |

a

EN=ICEEERE]

COOOO0e

@ Cooo0ooos=—

=

3 Kilonosen lgyeljen a csatlakozo helyzetére!
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10 | Konfiguralas

10.2 Konfiguralas varazslo

A rendszer elsé BEKAPCSOLASAT kovetSen a felhasznaldi felileten elindul egy
konfiguralds vardzsld. Ezzel a varazsléval megadhatok a legfontosabb kezdeti
bedllitdsok az egység megfeleld miikodéséhez. Sziikség esetén a késSbbiekben
tovabbi bedllitasok is konfiguralhatok. Ezeket a beallitdsokat a meniszerkezetben
lehet modositani.

Itt taldlja a konfiguracié bedllitdsainak rovid attekintését. Minden bedllitas
maodosithaté a beallitdsok meniben is (haszndlja a navigacios elemeket).

A beillitéshoz... | Lasd...

Nyelv [7.1]
Id6/datum[7.2]

Ora _

Perc

Ev

Honap

Nap

Nyari id6szamitas

Formatum

Rendszer
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A beallitashoz...

Lasd...

Beltéri egység tipusa (csak
olvashatd)

Kiegészit6 flit6elem tipusa
[9.3.1]

Hasznalati meleg viz [9.2.1]

Vésziizem [9.5]

"10.6.9 Szerel6i bedllitasok" [» 195]

Z6nak szama [4.4]

"10.6.5 Térflités/térh(ités" [» 172]

Glikollal feltoltott rendszer
([E-OD] helyszini beallitas attekintése)

Segédfiitbéelem teljesitménye
[9.4.1] (ha alkalmazhatd)

Bivalens [9.C]

"10.6.9 Szerel6i beallitdsok" [» 195]

Kiegészit6 fltbelem (havan)

Feszliltség[9.3.2]

Bedllitds [9.3.3]

Teljesitmény - 1. fokozat
[9.3.4]

Kiegészit6 teljesitmény - 2.
fokozat [9.3.5] (ha alkalmazhatd)

"Kiegészité flt6elem" [» 199]

F6

zoéna

H6leadd tipusa[2.7]

Vezérlés [2.9]

Célhdém.mod [2.4]

Fltési IF gorbe [2.5] (havan)

Hitési IF gorbe [2.6] (havan)

Program [2.1]

IF gorbe tipusa [2.E]

"10.6.3 F6 zona" [» 158]

Kiegészit6 zona (csak ha [4.4]=1)

H6leadd tipusa[3.7]

Vezérlés (csak olvashatd) [3.9]

Célhdém.mod [3.4]

Fltési IF gorbe [3.5] (havan)

Hitési IF gorbe [3.6] (havan)

Program [3.1]

IF gorbe tipusa [3.C] (csak
olvashatd)

"10.6.4 Kiegészitd zona" [» 167]

Tartaly (havan)

SzerelGi referencia-Utmutato
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A beallitashoz... Lasd...
Felfiités méd [5.6] "10.6.6 Tartaly" [» 182]

Kényelmi célhémérséklet [5.2]

Gazdasagos célhdmérséklet [5.3]

Ujramelegités célhémérséklet
[5.4]

Hiszterézis [5.9] és [5.A]

10.3 Lehetséges képernydk

10.3.1 Lehetséges képernydk: Attekintés

A kovetkez6 képernydkkel taldlkozhat a leggyakrabban:

¢ @O OR 10O

| @O

(o || |[ES

cl1 c2
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
[N ——— N E)
[ —— N)
O —
O —

c3 c4

a Kezd6képernyd
b Fémenu képernydje
¢ Alképernydk:
cl: Célhémérséklet képernys
c2: Ertékeket megjelenitd részletképernyd
c3: Az idGjarasfiggd gorbét tartalmazo képernyd
c4: A programot megjelenité képernyé

10.3.2 Kezd&képernyé

Nyomja meg a & gombot a kezd6képernydére vald visszatéréshez. Itt egy attekintést
lathat az egység konfigurdldsardl, valamint a szoba- és a célhémérsékletet. A
kezd&képernydn csak a konfiguralasra vonatkozo szimbdlumok jelennek meg.
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26Feb2020 |
22:19
g /\/\é——ﬂ
X f
: (@(6)—g1
@_92
Pz

|
i1 i2 i3 i4 h1 h2

Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n

10:--0 Léptetés a fémen listajaban.
Q@) Ugrds a fémenu képernydjére.
? Navigacids elemek engedélyezése/letiltdsa.
Elem ‘ Leiras

a |Hasznalati meleg viz

al é) Hasznalati meleg viz

a2 | 69 |Amérttartalyh6mérséklet®

b |Fertétlenités / Erdteljes

&3 A fertétlenitési izemmaod aktiv
aa Az er6teljes Gzemmad aktiv

c |Vésziizem

Q A hészivattyu hibaja esetén a rendszer Vésziizem
dzemmaodban mikodik, vagy kényszeriti a h6szivattyu
kikapcsoldsat.

d | Aktualis datum és idé

e |Okosenergia

el \g Az okosenergia szolarpaneleken vagy okoshaldzaton keresztil
érhet6 el.

e2 A | Atérflités okosenergiardl mikadik.

e3 A | Ahasznlati meleg viz okosenergiardl miikodik.

f |Helyiség izemmod

B H(tés
ESS Fltés

g |Kiiltéri/csendes lizemmod

gl | (8 |Amértkiltéri hmérséklet®

g2 1@ | Acsendes tzemmad aktiv

g3 @=] | Kiltéri egység
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Elem

‘ Leiras

Hasznalatimelegviz-tartaly

h1 E Onéllo tartdly beszerelve
1.6 . .
h2 bar | Viznyomas
F6 z6na
il |Felszerelt szobatermosztat tipusa:
Az egység m(ikodésének szabdlyozasa a dedikalt kényelmi
felhaszndldi felllet (szobatermosztatként hasznalt
BRCIHHDA) kultéri hémérséklete alapjan torténik.
Az egység m(ikodését a (vezetékes vagy vezeték nélkili) kilsé
szobatermosztat hatdrozza meg.
— Nincs felszerelve vagy bedllitva szobahémérséklet-érzékels.
Az egység miikodésének meghatdrozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobahémérséklettdl és/vagy a szoba flitési igényétdl
flggetlendl.
i2 |Felszerelt h6kibocsatd tipusa:
EEEEE Padlofiités
Klimakonvektor
Ir__ |Radiator
i3 @) | A mért szobahémérséklet®
i4 | @35 | Akiléps viz célhémérséklete®

Sziinnap lizemmad

=

A szinnap Gzemmoad aktiv

Kiegészit6 zéna

k1l |Felszerelt szobatermosztat tipusa:
Az egység m(ikodését a (vezetékes vagy vezeték nélkili) kilsé
szobatermosztat hatdrozza meg.
— | Nincs felszerelve vagy beallitva szobah8merseklet-érzékeld.
Az egység miikodésének meghatdrozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobahémérséklettdl és/vagy a szoba flitési igényétdl
flggetlendl.
k2 |Felszerelt h6kibocsato tipusa:
EEEEE Padlofiités
Klimakonvektor
Ir__ |radiator
k3 | @) | Akiléps viz célhmérséklete®
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Elem Leiras
I |Hiba
JAN Meghibasodas lépett fel.
/N Tovabbi informacidk: "14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibds
mUkodés esetén" [» 252].

@ Ha a megfelel§ izemmod (példaul a térfiités) nem aktiv, akkor a kor sziirke.

10.3.3 F6menu képernydje

Amikor a kezd&képernyén van, nyomja be (@:-0) vagy forditsa el (t0:-0) a bal
oldali teker6kapcsoldt a fémenl képernydjének megnyitdsahoz. A fémenibdl
elérheti a kilonb6z6 célhémérséklet képernybket és almeniket.

2

L\ Meghibasodas

m Szoba

@ F6 zéna

[m‘ Kiegészité zona /

i Terfités/-hiités

a Kivélasztott almeni

Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n

HORN®) Léptetés a listaban.
QO Belépés az almenibe.
? Navigacids elemek engedélyezése/letiltdsa.
Almenii Leiras

(0] Qvagy&Meghibésodés Korlatozas: Csak meghibasodas esetén jelenik
meg.

Tovabbi informacidk: "14.4.1 Sugdszoveg
megjelenitése hibas mikodés esetén" [» 252].

(1] @ Sszoba Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a
dedikalt kényelmi felhasznaldi feltlet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA)
vezérli a kiltéri egységet.

A szobah&mérséklet bedllitasa.

(2] EF6 z6na A f6 zéna kibocsatotipusanak megfeleld
szimbdlumot jeleniti meg.

A f6 zona kilép6 vizhEmérsékletének
beallitasa.

(3] [MT Kiegészit6 zodna Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha két
kilép6 vizhEmeérsékleti zona van. A kiegészits
z6na kibocsatétipusanak megfeleld
szimbolumot jeleniti meg.

A kiegészitd zona kilépd vizhEmérsékletének
bedllitdsa (ha van).

[4] |%f Térfiités/-hiités Az egységre vonatkozdé szimbdlumot jeleniti
meg.

Az egység flitési vagy hitési lzemmoddra
allitasa. A csak flitésre alkalmas modelleknél
nem lehet mddositani az Gzemmddot.
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10.3.4 MenU képerny§

Almenii

Leiras

[#Tartaly

A haszndlatimelegviz-tartaly h6mérsékletének
bedllitasa.

OFelhasznaléi
bedllitasok

Hozzaférést biztosit a felhasznaloi
bedllitdsokhoz, példaul a sziinnap
Uzemmaddhoz és a csendes Gzemmaddhoz.

® Informacis

Adatokat és informacidkat jelenit meg a kiltéri
egységrél.

X szerel6i
bedllitasok

Korlatozas: Csak a szerel6nek.

Hozzaférést biztosit a specialis bedllitasokhoz.

B Beiizemelés

Korlatozas: Csak a szerel6nek.

Tesztek és karbantartas végrehajtasa.

(B]

& Felhasznaléi
profil

Az aktiv felhasznaldéi profil megvaltoztatdsa.

(]

O Uzemeltetés

A fltés/h(tés funkcid és a hasznalati meleg viz
el6készitésének be- vagy kikapcsolasa.

% Vezeték nélkiili
atjaré

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a
vezeték nélkili LAN (WLAN) be lett szerelve.

A ONECTA alkalmazas konfiguraldsakor
szlkséges beallitasokat tartalmazza.

Példa:
71
| O Nyelv
Idé/datum
Szabadsag
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
1@--:0 Léptetés a listaban.
Q-0 Belépés az almenibe/bedllitasba.

10.3.5 Célhémérséklet képernydje

A célhémérséklet

képernydje

az olyan rendszerdsszetev6ket bemutatd

képernyskon jelenik meg, amelyeknél sziikség van a célhémérsékletre.

Példak

[1] A szobah&mérséklet képernydje

1

o 21

Szoba

[2] Af6 zéna képernydje
2

S (135«

F6 zéna
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[3] A kiegészit6 zéna képernydje

[5] A tartalyhémérséklet képernydje

3 5
+ +
i b
45. 50..
Kiegészit6 zéna Tartaly
Magyarazat
d
a2 b2 +
e d d
at e b1\
Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n
-0 Léptetés az almend listajaban.
Q@) Ugrds az almendre.
0@} A kivant hémérséklet modositasa és automatikus alkalmazasa.
Elem Leiras

Minimalis hémérséklet

al |Azegység allitja be

a2 | Aszerel6 korlatozza

Maximalis hEmérséklet

bl |Az egység allitja be

b2 | AszerelS korlatozza

Aktualis hémérséklet

c | Az egység méri

Kivant hémérséklet

d |Anodveléséhez/csokkentéséhez
forditsa el a jobb oldali
tekerékapcsolot.

Alment

e |Azalmenure vald ugrashoz
forditsa el vagy nyomja be a bal
oldali tekerékapcsolot.

10.3.6 Ertékeket megjelenits részletképernyd

a c b

a Beadllitasok
b Ertékek
c Kijelolt beallitas és érték

Példa:
7.21 |d6/datum
Ora 1
Perc 30
| | |
a c b

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

-0 Léptetés a bedllitdsok listdjaban.
0@} Az érték mddositasa.
O Q. A kovetkez6 bedllitasra valo 1épés.
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Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

A valtoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

10.4 ElGre beallitott értekek és programok

10.4.1 Az el6re bedllitott értékek hasznélata

Az el6re bedllitott értékek bemutatasa

A rendszer bizonyos beallitdsaihoz meghatarozhat elére bedllitott értékeket. Ezeket
az értékeket csak egyszer kell bedllitania, majd Ujbdl felhasznalhatja az értékeket
mas képerny6kon, példaul a programozasi képernyén. Ha késébb modositana az
értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges el6re beallitott értékek

Az alabbi felhasznald altal el6re megadott értékeket lehet bedllitani:
El6re beallitott érték

Hol hasznalatos

Tartadlyhémérséklet
ek itt: [5] Tartdly

Korlatozas: Csak
akkor érvényes, ha
fel van szerelve egy
HMV-tartaly.

[5.2] Kényelmi
célhomérséklet

[5.3] Gazdasagos

Ezek az el6re bedllitott értékek
hasznalhatok az [5.5] Program
képernyén (HMV-tartaly heti
programjanak képernydgje), ha a HMV-

célhémérséklet . L ) p
tartdly Gzemmadja a kdvetkez6k
valamelyike:
= Csak program
= Program + Ujramelegités

[5.4] A szoftver ezzel az el6re bedllitott

Ujramelegités |értékkel ellenérzi, hogy a HMV-tartaly

célhomérséklet |Gzemmaddja a kdvetkezé-e:

Program + Ujramelegités.

Elektromos dram
araitt: [7.5]
Felhaszndléi
bedllitdsok >
Elektromos
aram ara
Korlatozas: Csak
akkor érvényes, ha
a szerel§
engedélyezte a
Bivalens
Uzemmodot.

[7.5.1] Magas

[7.5.2] Kbzepes

[7.5.3] Alacsony

Ezek az el6re beallitott értékek
hasznalhatok itt: [7.5.4] Program (heti
program képernydje az energiaarak
esetében).

Lasd: "10.4.4 Az energiadrak
beallitasa" [» 145].

A felhaszndlé altal el6re megadott
értékeket

beallitott
létrehozasahoz.

is tartalmaz,

értékeken kivil a rendszer gyarilag el6re
amelyek felhaszndlhatdok a

programok

Példa: A [7.4.2] Felhasznalédi beallitasok > Csendes > Program
képernyén (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes
Uzemmodot kell hasznalnia) a kovetkez§ gyarilag el6re bedllitott értékek
hasznédlhatok: Csendes/Csendesebb/Legcsendesebb.
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10.4.2 Programok bedllitdsa és hasznalata

A programok bemutatasa

A rendszer elrendezésétdl és a szerel6i konfiguralastol fliggben tobb vezérléhoz is
rendelkezésre allhatnak programok.

Miivelet... Lasd...
Allitsa be, ha egy adott vezérlének program "Aktivalasi képernyd" itt:
szerint kell mkodnie. "Lehetséges programok" [» 138]

Kivalaszthatja az adott vezérls esetében aktualisan hasznalni kivant programot. A
rendszer tartalmaz néhany el6re bedllitott programot. Elvégezhetd mUveletek:

Az aktualisan kivalasztott program "Program/Vezérlg" itt:
megtekintése. "Lehetséges programok" [» 138]
Szlkség esetén masik program "Az alkalmazni kivant program
kivalasztasa. kivalasztdsa" [» 138]

Sajat program beadllitasa, ha nem elégedett | = "Lehetséges miliveletek" itt:
az el8re bedllitott programokkal. A "Lehetséges programok" [» 138]
programozhatdé mveletek vezérlénként

= "10.4.3 Programozas képernyé:

eltérnek. Példa" [» 141]

Az alkalmazni kivant program kivalasztasa

1 |Lépjen az adott vezérl§ programjara.
Lasd: "Program/Vezérlg" itt: "Lehetséges programok" [» 138].

Példa: Flités lzemmodban a kivant szobahémérséklet
programjaért Iépjen az [1.2] Szoba > Flités program
képernyére.

2 | Valassza ki az aktudlis program nevét. e

Egyéni program1
Hé 0O
Ke ] ——
Sze O
Csi O——————n
Pé ] —
Szo o0
Vas o0

3 |Vdlassza kia Kivalasztds lehetfséget. HGEe)

W Tores
AI Atnevezés
& Kivalasztas

4 |Vilassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni. e

Lehetséges programok
A tablazat a kovetkezd informaciokat tartalmazza:

= Program/VezérlG: Ebben az oszlopban lathato, hol lehet megtekinteni az adott
vezérl§ esetében aktualisan kivalasztott programot. Szikség esetén elvégezhetd
mdveletek:

- Masik program kivalasztdsa. Lasd: "Az alkalmazni kivant program
kivalasztasa" [» 138].

- Sajat program beallitdsa. Lasd: "10.4.3 Programozas képernyé: Példa" [» 141].
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= El6re beallitott programok: Az adott vezérl6 esetében a rendszerben elérheté
el6re beallitott programok szama. Sziikség esetén sajat programot is beallithat.

= Aktivalasi képernyd: A vezérl6k tobbsége esetében az adott program csak akkor

[ép életbe,

ha aktivdlva van a megfelel§ aktivalasi

képernyén. Ebben a

bejegyzésben lathatd, hogy az aktivalds hol végezhetd el.

= Lehetséges mliveletek: A programok bedllitdasahoz haszndlhatd mdveletek. A
programok tébbsége esetében naponta legfeljebb 6 mUiveletet lehet beallitani.

Program/Vezérlé

Leiras

[1.2] Szoba > Flités
program

A kivant szobah6mérséklet
programozasa flités

El6re beallitott programok: 3
Aktivalasi képerny6: [1.1] Program

Lehetséges miiveletek: Hémérsékletek a
tartomanyon beldl.

Uzemmaodban.
[1.3] Szoba > Hiités El6re beallitott programok: 1
program

A kivant szobahémérsékletet
programozasa hités
Uzemmodban.

Aktivalasi képerny6: [1.1] Program

Lehetséges miiveletek: Hémérsékletek a
tartomanyon beldl.

[2.2] F6 zb6na > Fltés
program

A {6 zona kivant kilépd
vizhémérsékletének programja
fltés Gzemmodban.

El6re beallitott programok: 3
Aktivalasi képerny6: [2.1] Program
Lehetséges mliveletek:

= |d6jarasfiiggd rendszer esetén: Homérsékletek
modositdsa a tartomanyon belil.

= Ellenkezd esetben: H&mérsékletek a

tartomanyon beldl

[2.3] F6 zdna >Hités
program

A f6 zdna kivant kilépd6
vizh6mérsékletének programja
hités tzemmaodban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [2.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= |d6jarasfiggd rendszer esetén: Hémérsékletek
modositdsa a tartomanyon bell.

= Ellenkez§ esetben: HEmérsékletek a

tartomanyon beldl

[3.2] Kiegészitd zoéna>
Fltés program

Annak programozasa, hogy
mikor engedélyezett a
kiegészit6 zéna felflitése flités
Uzemmadban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [3.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= Ki: Ha a rendszer szamara a kiegészité zona
felf(itése NEM engedélyezett.

= Be: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
felfitése engedélyezett.

[3.3] Kiegészit6 zbna>
Hités program

Annak programozasa, hogy
mikor engedélyezett a
kiegészit6 zéna leh(itése h(ités
tzemmodban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [3.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= Ki: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
leh(tése NEM engedélyezett.

= Be: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
leh(tése engedélyezett.
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Program/Vezérl6

Leiras

[4.2] Térfltés/-hités >
Uzemméd program

Annak programozasa (havonta),
hogy az egység mikor
Gzemeljen f(ités vagy h(ités
Gzemmodban.

Lasd: "A kivant helyiség izemmod
bedllitasa" [» 173].

[5.5] Tartaly > Program

A haszndlatimelegviz-tartaly
hémérsékletének
programozasa a normal
hasznalatimelegviz-igényeknek
megfelelSen.

El6re beallitott programok: 1

Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté. Ez a
program automatikusan aktivalédik, ha a HMV-
Uzemmadd a kovetkez6k valamelyike:

= Csak program
= Program + Ujramelegités
Lehetséges miiveletek:

= Kényelmi: Mikor kezd&djon meg a tartaly
felf(itése a kovetkezd felhasznald altal el6re
megadott értékre: [5.2] Kényelmi
célhomérséklet.

= Gazdasagos: Mikor kezd6djon meg a tartaly
felf(tése a kovetkezé felhasznald altal el6re
megadott  értékre:  [5.3] Gazdasagos
célhomérséklet.

= Leallitas: Mikor fejez8djon be a tartdly
felflitése, meég akkor is, ha a kivant
tartdlyh6mérséklet még nem lett elérve.

Megjegyzés: Program + Ujramelegités
Uzemmaddban a rendszer a kovetkezd
felhasznald altal el6re megadott értéket is
figyelembe veszi: [5.4] Ujramelegités
célhémérséklet.

[7.4.2] Felhasznaldéi
beallitasok > Csendes >
Program

Annak programozasa, hogy az
egységnek mikor és melyik
csendes Gzemmaodot kell
hasznalnia.

El6re beallitott programok: 1

Aktivalasi képerny6: [7.4.1] Aktivalas (csak
szerel6k szdmara érhet6 el).

Lehetséges miiveletek: A kovetkez6 gyarilag
el6re beallitott értékek haszndlhatok:

= Ki

= Csendes

= Csendesebb

= Legcsendesebb

Lasd: "A csendes tzemmod
bemutatasa" [» 191].
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Program/Vezérl6 Leiras

[7.5.4] Felhasznalodi El6re beallitott programok: 1
bedllitdsok > Elektromos

, ; Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhato
aram ara>Program

Lehetséges miiveletek: A kovetkezs gyarilag

Annak programozasa, hogy elére bedllitott értékek hasznalhatok:

mikor érvényes egy adott

elektromos dijszabas. * Magas

= Kbozepes
= Alacsony
Lasd: "10.4.4 Az energiaarak beallitdsa" [» 145].

Korlatozas: Csak szerel6k El6re beallitott programok: 1
szamara érhetd el.

[9.4.2] Szerelbi
beallitasok >
Segédfiitéelem > BSH
engedélyezési program

Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté

Lehetséges miiveletek: Legfeljebb napi 2
mUveletet lehet beprogramozni.

= Ki: A segédflitéelem miikodése NEM
engedélyezett.

= Be: A segédflitéelem mUkodése
engedélyezett.

10.4.3 Programozas képernyd: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet bedllitani a f6 zdona szobah&mérséklet-
programjat flitési moédban.

INFORMACIO

o
l Az egyéb programok megadasa hasonlé mdédon torténik.

A program bedllitdsanak attekintése

Példa: A kovetkezd programot szeretné létrehozni:

Egyéni program1

Hé ]

Ke [ — — B
Sze [ — — B
Csii [ — — B
Peé [ — — B
Szo [njm— N
Vas [nm— N

El6feltétel: A szobahdmérséklet-program csak akkor érhet6 el, ha a
szobatermosztatos szabdlyozas aktiv. Ha a kilépd vizhémérséklet szabalyozasa
aktiv, a f6 zona programjat allithatja be helyette.

1 Lépjenaprogramra.

2 (opcionadlis) Torolje ki a teljes hét vagy a kivalasztott nap programjanak
tartalmat.

Allitsa be a Hét 6 programot.
Masolja a programot a tobbi hétkdznapra.

Allitsa be a Szombat programot, és masolja 4t Vasarnap szamara is.

D U A W

Nevezze el a programot.

Ugras a programra

1 |Lépjenaz[1.1] pontra: Szoba > Program. (@s:-O
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2 | Allitsa a programozast a kovetkezére: Igen.

QO

3 |Lépjenaz[1.2] pontra: Szoba > Flités program.

@O

A heti program tartalmanak torlése

1 |Vaélassza ki az aktudlis program nevét.

Egyéni program1
0O

Ke | — — ]
Sze o——————————n
Csii o——————————n

Szo o——————————n
Vas o0

2 |Vdlassza kia Torlés lehetdséget.

W Tories
AI Atnevezés
W Kivalasztas

3 | Valassza az OK gombot a megerdgsitéshez.

A napi program tartalmanak torlése

1 |Vdlassza ki a napot, amelynek a tartalmat torolni szeretné.
Példaul: Péntek

Egyéni program1
&

Hé ocC
Ke [ — — ]
Sze [ — — ]
Csii [ — — ]
Pé ] E— — N
Szo e — ]}
Vas o — ]

2 | Valassza kia Torlés lehet8séget.

ﬁ Torlés
@ Szerkesztés

Masolas

3 | Valassza az OK gombot a megergsitéshez.

A Hétf6 program beallitasa

1 |Valassza ki a Hétf06 lehetbséget.

Egyéni program1
Hé [l
Ke o0
Sze o0
Csii o0
Pé o0
Szo [ —
Vas [ —

2 |Valassza kia Szerkesztés lehetfséget.

W Tores
@ Szerkesztés

Mésolas
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A bal oldali tekerékapcsold segitségével valasszon ki egy
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoldval. Minden napra legfeljebb 6 miveletet
programozhat be. A sdvon a magas hémérsékletnek sotétebb
szine van, mint az alacsonynak.

[ ——— 0 [
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Megjegyzés: Egy mlvelet torléséhez az idejét az el6z6 mUvelet
idejeként allitsa be.

©---O

Q--Q)

Er6sitse meg a valtoztatdsokat.

Eredmény: A hétf6i program be van allitva. Az utolsé mdvelet
értéke a kovetkez6 beprogramozott miveletig érvényes. Ebben
a példaban a hétf6 az elsé beprogramozott nap. Ezért az utolsé
beprogramozott mivelet a kdvetkezd hétfs elsé miveletéig
érvényes.

A program masolasa a tobbi hétk6éznapra

1

Vélassza ki a Hét 06 lehetbséget.

Egyéni program1
Hé O
Ke [ —
Sze OD———————7|
[oX I & ——
Pé [ —
Szo ODE———————7|
Vas DO——————7|1

QO

Vélassza ki a Masolas lehetdséget.

f Tores
@ Szerkesztés

Masolas

Eredmény: A masolt nap mellett megjelenik a C jel.

Q4O

Vélassza ki a Kedd lehet8séget.

Egyéni program1
Hé (]
Ke [ —
Sze [ ——
Csii [ ——
Pé e — ]
Szo e — ]
Vas e — ]

Q-0
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4 |Vilassza kiaBeillesztés lehetséget.

f Tories
@ Szerkesztés

Mésolas

E) Beillesztés

Eredmény:

Egyéni program1
Heé O
Ke ] E— — N
Sze e — ]}
[o R e — ]
Pé ] —
Szo ] —
Vas ] —

Heé
Ke [ — — ]
Sze ] E— — N
Csii ] E— — N
Pé ] E— — N
Szo e — ]}
Vas ]

A Szombat program bedllitasa és atmadasolasa Vasarnap szamara

1 |Vaélassza ki a Szombat lehetdséget.

Q-0

2 |Valassza kia Szerkesztés lehetéséget.

Q-0

3 | A bal oldali teker&kapcsold segitségével valasszon ki egy
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoldval.

O e SZ0
24

0 12
8:00 21°C
23:00 18°C

©---O

[OIXXIO)]

Erdsitse meg a valtoztatasokat.

@O

Vélassza ki a Szombat lehet8séget.

Q-0

Valassza ki a Masolas lehetdséget.

QO

Vdlassza ki a Vasarnap lehet6séget.

@ -0

0 N oo un s

Vélassza ki a Beillesztés lehetfséget.

Eredmény:

Egyéni program1
He [ml
Ke ] s — i u]
Sze [ —— 5]
Csii [ —— 5]

Szo O — (] C
Vas O

Q-0
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10 | Konfigurélas

A program atnevezése

1 | Valassza ki az aktudlis program nevét. QO

Egyéni program1
Heé O
Ke [ — — 5]
LN —— — ]
[oX RN —— — 5]
Pé s m— ]
Szo O —
Vas O o]

2 | Vélassza ki a Atnevezés lehetéséget. @O

W Tories

AI Atnevezés
@ s 2
Py Kivélasztas

3 | (opcionalis) Az aktualis programnéy torléséhez tallézzon a Q@
karakterlistaban a € lehet6séghez, majd nyomja meg az el§z6
karakter eltdvolitasdhoz. Ismételje meg a torlést a programnév
minden egyes karakterével.

4 | Az aktualis program elnevezéséhez talldzzon a karakterlistaban, O @
és er@sitse meg a kivalasztott karaktereket. A program neve
maximum 15 karakterbdl allhat.

5 |Erdsitse meg az Uj nevet. Q0O
. INFORMACIO
l Nem mindegyik program nevezhetd at.

Hasznalati példa: 3-m(iszakos rendszerben dolgozik
Ha 3-mUszakos rendszerben dolgozik, a kovetkez8t teheti:

1 Allitson be 3 szobahémérséklet-programot, és adjon nekik megfelels neveket.
Példa: ReggeliM(iszak, NappaliM(iszak és EjszakaiMszak

2 Valassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni.

10.4.4 Az energiadrak bedllitdsa

Arendszerben az alabbi energiadrakat allithatja be:
= rogzitett gazar

= 3 elektromos dram arszint

= heti id6szabalyozé az elektromos dram arakhoz.

Példa: Energiaarak beallitasa a felhasznaloi feliileten

Ar Erték a navigacios elemben
Gaz: 5,3 eurocent/kWh [7.6]=5.3
Elektromos aram: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

A gazar beallitasa

1 |Lépjena[7.6] pontra: Felhasznaldéi beallitdsok >Gaz QO
ara.
2 | Valassza ki a gdz megfelel§ arat. @0
EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 | Erdsitse meg a valtoztatasokat. Q-0
. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

Az elektromos aram aranak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: Felhaszndloéi Q4O
bedllitdsok > Elektromos aram ara>Magas/
K6zepes/Alacsony.

2 | Valassza ki az aram megfelel§ arat. ©:-O

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

4 |Ismételje meg ezt a lépést mindharom aramdij esetében. —

. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

INFORMACIO

Ha nincs program beadllitva, az Magas Elektromos aram ara arat veszi
figyelembe a rendszer.

i @

Az elektromos aram ara id6szabalyozdéjanak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.4] pontra: Felhaszndldi bedllitasok > QO
Elektromos aram ara>Program.

2 | Avdlasztott bedllitdst a Program képernydn programozhatja be. —
A Magas, Kbozepes és Alacsony dramdijakat az
aramszolgaltatdja dijszabasanak megfelel6en adhatja meg.

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

INFORMACIO

[

l Az értékek az el6zbleg bedllitott Magas, Kozepes és Alacsony dramdijaknak
felelnek meg. Ha nincs program bedllitva, a Magas elektromos dram arat veszi
figyelembe a rendszer.

Energiadrak a megujulo energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé 6szt6nz6 figyelembe

vételével

Az energiadrak beallitdsakor figyelembe vehet§ egy 0sztonz6 haszndlata. Bar a
muakodtetés koltsége nodvekedhet, a teljes Uzemeltetési koltség a visszatérités
figyelembe vételével optimalizalhatd.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el médositani az energiaarakat az 6sztonzési id6szak végén.

A gdazar beallitasa a megujulé energia kWh-anként valé haszndlatara vonatkozé
0sztonz6 figyelembe vételével

A gaz dranak Osszegét a kovetkez6 képlettel szamolhatja ki:
= Tényleges gazar+(6sztonz6/kWhx0,9)

A gdzdr bedllitdsdnak eljarasaért |asd: "A gazar beallitdsa" [» 145].
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Az elektromos aram aranak beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé
haszndlatara vonatkozé 6sztonzé figyelembe vételével

Az daramdij 6sszegét a kovetkezd képlettel szamolhatja ki:
= Elektromos aram tényleges ara+6sztonz6/kWh

Az dramdij bedllitdsanak eljardsdért lasd: "Az elektromos &ram dranak
beallitasa" [» 146].

Példa
A jelen példaban hasznélt arak és/vagy értékek NEM pontosak.
Adat Ar/kWh
Géz ara 4,08
Elektromos aram ara 12,49
Megujuld hé 6sztonzbje kWh-anként 5

A gaz aranak kiszamitasa

Gaz dra=tényleges gazar+(0sztonz6/kwWhx0,9)

Gaz ara=4,08+(5x0,9)

Géaz ara=8,58

Az elektromos dram ardnak kiszamitasa

Elektromos aram ara=elektromos aram tényleges ara+oszténz6/kWh
Elektromos dram ara=12,49+5

Elektromos dram ara=17,49

Ar Erték a navigacios elemben
Gaz: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektromos aram: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

10.5 Id&jarasfiiggd gorbe

10.5.1 Mi az az id6jarasfuggé gorbe?

IdGjarasfliggé miikodés

Az egység akkor mUkodik id6jarasfiggben, ha a rendszer automatikusan hatdrozza
meg a kilépd viz vagy a tartdly kivant hémérsékletét a kiltéri hGmérséklet alapjan.
llyenkor hozzd van csatlakoztatva egy, az épullet északi falan elhelyezett
hémérséklet-érzékel6hoz. Ha a kils6 hémérséklet csokken vagy né, az egység
azonnal kompenzal, és nem kell a termosztat visszajelzésére varnia a kilépd viz vagy
a tartaly hémérsékletének noveléséhez vagy csokkentéséhez. Mivel gyorsabban

reagal, meggatolja a beltéri hémérséklet nagy ingadozdsait, illetve a vizét a
ledgazépontokon.

El6nyok
Az id6jarasfiggs mikodés csdkkenti az aramfogyasztast.
IdGjarasfiiggé gorbe

A hémérséklet-kilonbségek kompenzaldsa érdekében az egység az idGjarasfliggd
gorbére tamaszkodik. Ez a gorbe hatdrozza meg, hogy hany fokosnak kell lennie a
tartdly vagy a kilépd viz h6mérsékletének kilonb6z6 kiultéri h6mérsékletek esetén.
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Mivel a gorbe lejtése a helyi kortlményektdl flgg, példaul a jellemzd iddjarasi
viszonyoktol és az épllet szigetelésétbl, a gorbét egy szerel6 vagy egy felhasznald
allithatja be.

Az idGjarasfiiggo gorbék tipusai

Az id6jarasfliggs gorbéknek 2 tipusa van:

= 2 pontos gorbe

= Gorbeeltoldsos gorbe

Ontél fuigg, hogy melyiket szeretné hasznalni a h6mérséklet modositasahoz. Lasd:
"10.5.4 |dGjarasfluggs gorbék hasznalata" [» 150].

Elérhet6ség

Az id6jarasfliggd gorbe a kovetkez6khoz érhetd el:

= F8 zéna — Fités

= F8 zona — H(ités

= Kiegészit6 zéna — Flités

= Kiegészit6 zona — H(ités

= Tartdly (csak szerel6k szamdra érhetd el)

INFORMACIO

@

l Az id6jarasfiggd miikodtetéshez megfelelGen kell konfigurdlni a f6 zona, a kiegészité
zoéna vagy a tartdly célhémérsékletét. Ldasd: "10.5.4 Id&jarasfiggd gorbék
hasznalata" [» 150].

10.5.2 2 pontos gorbe
Ezzel a két célhémérséklettel tudja meghatdrozni az id6jarasfiggs gorbét:
= Célhémérséklet (X1, Y2)
= Célhémérséklet (X2, Y1)

Példa
[E ——a
Y2
Y1
X1 X2 0
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Elem Leiras

a A kivélasztott id6jarasfiuggd zona:
- £ A6 vagy kiegészits zona flitése
- B ATS vagy kiegészit6 zéna hlitése

L / . /
- (% Hasznalati meleg viz

X1, X2  |Példak a kiltéri kornyezeti hémérsékletre

Y1,Y2 |Példdk a kivant tartdlyhémérsékletre és a kiléps vizhémérsékletre. Az
ikon az adott zona hékibocsatdjanak felel meg:

- |E: Padlofiités
- (E): Klimakonvektor egység
- [T: Radiator

. D: Hasznalatimelegviz-tartaly

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

@0 Végigléptetés a hémérsékleteken.

OO} A hémérséklet modositasa.

O Qn A kovetkez6 hémérsékletre [épés.

Q-0 A véltoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe

Lejtés és eltolas

A lejtéssel és az eltoldssal tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:

Mddositsa a lejtést, hogy a kilonboz8 kdrnyezeti hémérsékletek szerint
kalonboz8képpen ndvelje vagy csokkentse a kilépd viz h6mérsékletét. Ha példaul
a kilépd viz hémérséklete dltaldban megfelels, de alacsony kilsé hémérsékleten
tul hideg, novelje a lejtés mértékét, hogy a kilépd viz hémérséklete egyre jobban
ndéjon, minél alacsonyabb a kiilsé hEmérséklet.

Mddositsa az eltolast, hogy a kilonboz6 kornyezeti hémérsékletek szerint
egyforman novelje vagy csokkentse a kilépd viz hémérsékletét. Ha példaul a
kilépé viz hEmérséklete mindig tul hideg, fuggetlenll attol, hogy milyen a kiilsé
hémérséklet, ndvelje az eltoldst, hogy a kilép8 viz hémérséklete minden kilsd
hémérséklet esetén egyforman ngjon.

Példak

Id6jarasfliggs gorbe, amikor a lejtés van kivalasztva:

7 C

E —a ---b A i e
— 1 d

X1 X2 A

Id6jarasfliggd gorbe, amikor az eltolds van kivalasztva:
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— 1 ¢C

S —a ---b | e
4+ d
va e
sz
Y2
Y1
X1 X2 A
Elem Leiras
a IF-gbrbe a mddositdsok eldtt.
b IF-gorbe a mddositdsok utdn (példaként):
= A lejtés modositasakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
eltéré mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton.
= Az eltolds modositdasakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c Lejtés
d Eltolds
e A kivélasztott id6jarasfiggd zona:
= 3£ A f6 vagy kiegészits zona fiitése
- FE A T6 vagy kiegészits zona hiitése
- [ Hasznalati meleg viz
X1, X2 Példak a kiltéri kornyezeti h6mérsékletre
Y1, Y2,Y3, |Példak a kivant tartalyhEmérsékletre és a kilépé vizhEmérsékletre.
Y4 Az ikon az adott zéna hékibocsatéjanak felel meg:
- |E: Padlofiités
- &) Kiimakonvektor egység
- [T: Radiator
. El: Hasznalatimelegviz-tartaly
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
-0 Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.
OO} Lejtés/eltolds mértékének novelése vagy csokkentése.
O @ Ha a lejtés van kivalasztva: lejtés beallitasa és ugras az eltoldsra.
Ha az eltolds van kivalasztva: az eltolas beallitasa.
QO A modositasok meger@sitése és visszatérés az almendre.

10.5.4 |d6jarasfiggd gorbék hasznalata

Az id6jarasfiggs gorbék a kovetkezbképpen konfiguralhatok:

A célhémérsékleti méd meghatarozasa

Az idGjarasfiggé gorbe hasznalatdhoz meg kell hatdroznia a megfelel§

célhémérsékleti modot:

SzerelGi referencia-Utmutato

150

| 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfiguralas

Lépjen a kovetkez6 célhémérsékleti
mddra:

Allitsa a célhémérsékleti médot a
kovetkezore:

F6 zéna — Flités

[2.4] F6 zbna > Célh6m.mdd

IF fltés, rogzitett hiités VAGY
Id6jarasfiiggd

F6 z6na — Hiités

[2.4] F6 zb6na>Célhdm.mod

Id6jarasfiiggo

Kiegészit6 zona — Flités

[3.4] Kiegészit6 zbna>
Célhobm.mdd

IF fités, rogzitett hiités VAGY
Id6jarasfliggd

Kiegészit6 zéna — Hlités

[3.4] Kiegészit6 zbna>
Célhém.mod

Id6jarasfiiggd

Tartaly

[5.B] Tartaly > Célhém.mod

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara
érhetd el.

Id6jarasfiiggd

Az idGjarasfiiggd gorbe tipusanak mddositasa

Az Gsszes zona (f6 + kiegészit6) és a tartdly tipusdanak modositasahoz lépjen a [2.E]
F6 zéna>1IF gorbe tipusa menlpontra.

A kivdlasztott tipust a kdvetkez6 menlpontokban is megtekintheti:

= [3.C]Kiegészitd zobna>IF gorbe tipusa

= [5.E] Tartaly > IF gorbe tipusa

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara érhetd el.

Az idGjarasfiiggd gorbe modositasa

Zona

Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

F6 z6na — Flités

[2.5] F6 z6na > F(itési IF gorbe

FG z6na — Hiités

[2.6] F6 z6na >H(tési IF gorbe

Kiegészit6 zéna — Flités

[3.5] Kiegészit6 zdna > Flitési

IF gorbe

Kiegészit6 zéna — Hlités

[3.6] Kiegészitd zona > Hiltési

IF gorbe

Tartaly

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara
érhetd el.

[5.C] Tartaly > IF gorbe

INFORMACIO

i @

Maximalis és minimalis célhémérsékletek

Nem konfiguralhatja a gorbét a zonahoz vagy tartdlyhoz bedllitott maximalis és
minimalis célhémérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a
minimalis célhémérséklet elérésekor a gorbe kiegyenesedik.
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Az idGjarasfiiggd gorbe pontos beallitasa: gérbeeltolasos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zdna vagy

tartaly id6jardsfliggd gorbéje:

On a kdvetkez6t érzi: Pontos bedllitas lejtéssel és
eltolassal:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
hémérséklet esetén: | hémérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ —
megfelel§
A h6mérséklet Melege van N —
megfelel§
Fazik A hémérséklet N ™
megfeleld
Fazik Fazik — T
Fazik Melege van Np ™
Melege van A hémérséklet ™ NJ
megfelel§
Melege van Fazik ™ NV
Melege van Melege van — N

Az idGjarasfiiggd gorbe pontos bedllitasa: 2 pontos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zdna vagy
tartaly id6jarasfuggd gorbéje:

On a kovetkezé6t érzi: Pontos beallitas
célhémeérsékletekkel:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri y2e | y1® | x1® | x2@
hémérséklet esetén: | homérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ — 0 —
megfelel§
A hémérséklet Melege van N — N —
megfelel§
Fazik A hémérséklet — ™ — ™
megfelel
Fazik Fazik T T T ™
Fazik Melege van N§ 0 N ™
Melege van A hémérséklet — N — N
megfelel
Melege van Fazik ™ J T N2
Melege van Melege van N§ N§ Np N

@ | 4sd: "10.5.2 2 pontos gdrbe" [» 148].

SzerelGi referencia-Utmutato

152

P DAIKIN

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfigurélas

10.6 Bedllitasok ment

Tovabbi beadllitdsokat is megadhat a fémenlképernybje és annak almenui
hasznalataval. A legfontosabb bedllitdsokat az aldbbiakban mutatjuk be.

10.6.1 Meghibasodas

Hibas mikédés esetén a L) vagy a N ikon fog megjelenni a kezd&képernyén. A
hibakéd megjelenitéséhez nyissa meg a menUképerny6t, és lépjen a
[0] Meghibdsodas ponthoz. A hibdval kapcsolatos tovabbi informacidkért nyomja
meg a ? gombot.

0

[0] Meghibasodas

8 Felhasznaldi profil
(') Uzemeltetés

Q Meghibasodés

@ Szoba

EF626na

10.6.2 Szoba
Attekintés
Az almend a kdvetkezd elemeket tartalmazza:
© G [1] Szoba
%;b Célhémérséklet képernyéje
= F6 z6na [1.1] Program
s [1.2] Flités program
[1.3] HGités program
[1.4] Fagymentesités
[1.5] HOm. tart. bedllitas
[1.6] Szobai érzékeld eltolasa
[1.7] Szobai érzékeld eltolasa
[1.9] Szoba kényelmi célhdmérséklete
Célhomérséklet képernydje
A f6 zona szobahdémérsékletét az [1] Szoba célhémérséklet képernyén tudja
vezeérelni.
Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 135].
Program
Itt adhatja meg, hogy a szoba hémérséklete program szerint legyen-e szabdlyozva
vagy sem.
# Kéd Leiras
[1.1] N/A Program:
= Nem: A szoba hémérsékletét a felhasznald
kdzvetlendl szabalyozza.
= Igen: A szoba hémérsékletét program
szabdlyozza, és a felhasznald mddosithatja.
EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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F(ités program
Minden modell esetében alkalmazhaté.

Adjon meg a szobah&mérséklet flités programjat az [1.2] Fltés program
pontnal.

Ldsd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].
H(ités program

Csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

Adjon meg a szobah&mérséklet hités programjat az [1.3] Hlités program
pontnal.

Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].

Fagymentesités

Az [1.4] Fagymentesités megakadalyozza, hogy tul hideg legyen a szobdban. Ez
a bedllitds akkor alkalmazhatd, ha a [2.9] Vezérlés=Szobatermosztat, de a
kilép6 vizhEmérséklet szabdlyozdsa és a kilsé szobatermosztatos szabdlyozas
esetére is rendelkezik funkciokkal. Az utdbbi kett esetén az Fagymentesités a
helyszini beallitds [2-06]=1 értékre allitasaval aktivalhato.

Nem garantdlt a szobai fagyvédelem, ha nincs szobatermosztat, amely aktivalja a
h&szivattyut. Ez akkor all fent, ha:

= [2.9] Vezérlés=Kiils6 szobatermosztat és [C.2] Térfilités/-hilités=Ki,
vagy ha

= [2.9] Vezérlés=Kilép6 viz.

A fenti esetekben az Fagymentesités a térfltési vizet csokkentett
célhémérsékletre melegiti, ha a kiltéri hémérséklet alacsonyabb, mint 6°C.

F6 zona egységvezérlési modja [2.9] Leirds

Kilépd vizhémérséklet szabalyozasa | A szobai fagyvédelem mikodése NEM
([C-07]=0) garantalt.

Kils6 szobatermosztatos szabdlyozas | Annak beallitdsa, hogy a kiilsé szobai
([C-07]=1) termolsztét go,r)doskodjon a szobai
fagyvédelemrdl:

= Allitsa be a [C.2] Térfiités/-hlités=Be

beallitast.
Szobatermosztatos szabalyozas Annak bedllitdsa, hogy a dedikalt kényelmi
([C-07]=2) felhasznaldi felllet (szobatermosztatként

hasznalt BRC1IHHDA) gondoskodjon a
szobai fagyvédelemrdl:

= Allitsa be a fagymentesitést: [1.4.1]
Aktivalas=Igen.

= Allitsa be a fagymentesités funkcid
hémérsékletét az  [1.4.2] Szoba
célhomérséklete pontban.
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MEGJEGYZES
Ha a rendszer NEM tartalmaz kiegészité flitéelemet, akkor:

® Ellenérizze, hogy a szoba fagymentesitésének vezérlése aktivalva van-e
([2-06])=1).

® NE moédositsa a szoba alapértelmezett fagymentesitési értéket [2-05].

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a vizes6 befagydsanak megel6zése aktivalva van
([4-04]%2).

. INFORMACIO
l Ha U4 hiba jelentkezik, a szobai fagyvédelem m(ikodése NEM garantalt.

MEGJEGYZES

@ Ha a helyiség Fagymentesités beallitdsa aktiv, és U4 hiba Iép fel, akkor a készulék
automatikusan elinditja az Fagymentesités funkciot a kiegészité flitGelemen
keresztil. Ha U4 hiba esetén a kiegészité flit6elem haszndlata a szobai
fagyvédelemhez nem engedélyezett, akkor a helyiség Fagymentesités bedllitasat
le KELL tiltani.

MEGJEGYZES

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem mkodése — ha engedélyezve van — akkor
is aktivalddhat, ha KIKAPCSOUA a térfiitési/hiitési izemmaodot ([C.2]: Uzemeltetés
> Térfltés/-hlités). A kilépd vizhEmérséklet szabalyozdsa és a kilsé
szobatermosztatos szabdlyozas esetén azonban a védelem NEM biztositott.

A szobai fagyvédelemre vonatkozd, a megfelel6 egység vezérlési mddszerével
kapcsolatos részletes informaciokért 1dsd az aldbbi szakaszokat.
Kilépd vizhémérséklet szabalyozasa ([C-07]=0)

A kilép& vizhémérséklet szabdlyozdsa esetén a szobai fagyvédelem miikodése NEM
garantalt. Azonban ha a szobai fagyvédelem [2-06] aktivalva van, az egység
korldtozott fagyvédelmet képes biztositani:

Ha... Akkor...
= Térfltés/-hlités=Ki, és = Az egység kilép6 vizet szolgaltat a

hékibocsatdk szamdra a szoba Ujbdli

= A kultéri kérnyezeti hémérséklet 6°C " —h ol
felflitése céljabdl, a

ala esik
= kilép6 viz célhémérséklete pedig
csokken.
= Térfltés/-hiités=Be, és Az egység kilépd vizet szolgdltat a

hékibocsatok szamara a szoba normal
logika szerinti felf(itése céljabdl.

= Uzemméd=Fiités

= Térfiités/-hltés=Be, és Nincs szobai fagyvédelem.
= Uzemmod=H(ités

Kiils6 szobatermosztatos szabalyozas ([C-07]=1)

Kilsé szobatermosztatos szabalyozds esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé
szobatermosztat garantdlja, amennyiben a:

= [C.2] Térfités/-hltés=Be, és
= [9.5.1] Vészlizem=Automatikus vagy auto. TH normdlis/HMV ki.

Azonban ha az [1.4.1] Fagymentesités aktivdlva van, az egység korlatozott
fagyvédelmet képes biztositani.
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1 kilép& vizhEmérsékleti zéna esetén:

Ha... Akkor...
= Térfilités/-hlités=Ki, és = Az egység kilép6 vizet szolgdltat a

hékibocsatok szamdra a szoba Ujboli

= A kiltéri kornyezeti hémeérséklet 6°C TRarR 28
felflitése céljabal, a

ala esik
= kilép6 viz célhémérséklete pedig
csokken.
= Térfilités/-hilités=Be, és = Az egység kilép§ vizet szolgdltat a

hékibocsatok szamdra a szoba ujboli

= A kiuls6 szobatermosztat allapota o
felflitése céljabdl, a

"Termosztat KI", és
= kilép6 viz célhémérséklete pedig
csokken.

= A kUltéri h6mérséklet 6°C ala esik

= Térfilités/-hilités=Be, és A szobai fagyvédelmet a rendszer a

- A kils6 szobatermosztat allapota|normal logika alapjan biztositja.

"Termosztat BE"

2 kilépd vizhGmeérsékleti zona esetén:

Ha... Akkor...

= Térflités/-hltés=Ki, és = Az egység kilépd vizet szolgdltat a
hékibocsatdk szamdra a szoba Ujboli

= A kultéri kérnyezeti hémérséklet 6°C o oh
felflitése céljabal, a

ala esik
= kilép6 viz célhémérséklete pedig
csokken.
= Térflités/-hltés=Be, és = Az egység kilépd vizet szolgdltat a

hékibocsatdok szamdra a szoba Ujboli

= Uzemméd=F(ités, és L
felflitése céljabal, a

= A kils6 szobatermosztat allapota

"Termosztat KI" és = kilépd viz célhémérséklete pedig

csokken.
= A kultéri h6mérséklet 6°C ala esik
= Térfltés/-hilités=Be, és Nincs szobai fagyvédelem.

« Uzemméd=Hiités

Szobatermosztatos szabalyozas ([C-07]=2)

Szobatermosztatos szabdlyozas esetén a szobai fagyvédelem [2-06] mindenképpen
mdakodik, ha aktivdlva van. Ha igy van, és a szobah6mérséklet a szoba
fagymentesitési hémérséklete ([2-05]) ala esik, az egység kilépd vizet szolgéltat a
szoba hdékibocsatoi szamara a szoba Ujbdli felflitése céljabal.

# Kod Leiras
[1.4.1] [2-06] Aktivalas:
= 0 Nem: A fagymentesités funkcid Kl van
kapcsolva.
=1 Igen: A fagymentesités funkcié be van
kapcsolva.
[1.4.2] [2-05] Szoba célhémérséklete:
= 4°C~16°C
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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INFORMACIO

Ha a dedikdlt kényelmi felhaszndloi felllet (szobatermosztatként haszndlt
BRC1HHDA) le van valasztva (nem megfelel6 huzalozasnak vagy kabelsérilésnek
készénhetben), a szobai fagyvédelem miikodése NEM garantalt.

MEGIJEGYZES
Ha az Vésziizem beallitasa Kézi ([9.5.1]=0), és az egység szikséghelyzeti lizemet

inditana, az egység leall, és manualisan Gjra kell inditani a taviranyitorél. A mikodés
manudlis helyreallitasahoz Iépjen a Meghibdsodas fémenlu képerny6jére, majd
hagyja jova a szikséghelyzeti izemet.

i @

A szobai fagyvédelem akkor is aktiv marad, ha a felhasznalé nem erGsiti meg a
szlkséghelyzeti Gzemet.

HoAm. tart. beallitas

Kizarolag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté.

A szoba  tulf(tésének  vagy alulhlitésének  megakadalyozdsa  dltali
energiamegtakaritas érdekében korlatozhatja a szobah&mérsékleti tartomanyt a
flités és/vagy flités esetén.

MEGJEGYZES
A szoba hdémeérsékleti tartomanyainak szabalyozasa esetén az Osszes kivant

szobahémeérséklet szabalyozasa is megtorténik annak biztositdsa érdekében, hogy
azok a korlatok kozott legyenek.

# Kéd Leiras
[1.5.1] [3-07] Flitési minimum
[1.5.2] [3-06] Flitési maximum
[1.5.3] [3-09] HGtési minimum
[1.5.4] [3-08] Hitési maximum

Szobai érzékel6 eltolasa

Kizarélag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato.

A (kils6) szobahdmérséklet-érzékels kalibrdldsakor eltolds adhatd hozza a
szobahémérséklet-érzékelének a  dedikdlt kényelmi felhaszndldi  felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1HHDA) vagy a kiils6 szobai érzékel6 altal mért
értékéhez. Ez a bedllitds az olyan helyzetek esetén torténé kiegyenlitésre
hasznalhato, amikor a dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet vagy a kilsé érzékeld
nem szerelhet6 idealis helyre.

Lasd: "6.7 Kils6 hémérséklet-érzékels beallitdsa" [» 59].

# Kéd Leiras
[1.6] [2-0A] Szobai érzékeld eltolasa dedikalt
kényelmi felhasznaldi felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA): A

dedikalt kényelmi felhasznaldi fellleten mért
tényleges szobahémérséklet eltoldsa.

= —5°C~5°C, 0,5°C-o0s lépésekben
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Kod

Leiras

[1.7]

[2-09]

Szobai érzékel6 eltolasa (opcionalis
kllsé szobai érzékeld): Csak beszerelt és bedllitott
opciondlis kilsé szobai érzékeld esetén
alkalmazhato.

= —5°C~5°C, 0,5°C-0s |épésekben

Szoba kényelmi célhdmérséklete

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha:

= az okoshaldzat engedélyezve van ([9.8.4]=0koshalézat), és

= a szobapufferelés engedélyezve van ([9.8.7]=Igen)

Ha a szobapufferelés engedélyezve van, a fotovoltaikus panelekrdl szarmazo plusz
energia pufferelése a HMV-tartalyban és a térflitési/-h(tési korben torténik (vagyis
felmelegiti, illetve leh(ti a szobat). A szoba kényelmi célhémérsékleteivel (h(ités/
flités) modosithatja azokat a maximalis/minimalis célhémérsékleteket, amelyeket a
rendszer akkor hasznal, amikor a plusz energiat a térf(itési korben puffereli.

# Kod Leiras
[1.9.1] [9-0A] Fltés kényelmi célhbémérséklete
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Hités kényelmi célhémérséklete
= [3-09]~[3-08]°C

10.6.3 F& zona

Attekintés

Az almeni a kovetkez§ elemeket tartalmazza:

2

£} Meghibasodas

@ Szoba

@ F6 zéna

[11]' Kiegészité zona

¢ Terfltés/-hiites

Célhémérséklet képernydje

[2] F6 z6na

Célhémérséklet képernydje
[2.1] Program

[2.2] Flités program

[2.3] Hlités program

[2.4] Cé1h6m.mdbd

[2.5] Flitési IF gorbe

[2.6] Hlitési IF gorbe
[2.7]H61eadd tipusa
[2.8]HOm. tart. beallitas
[2.9] Vezérlés

[2.A] Kiils6 termosztat tipusa
[2.B] HOmérséklet-kiilonbség
[2.C] Szabalyozas

[2.E] IF gorbe tipusa

A f6 zéna kilép6 vizhémérsékletét a [2] F6 zona célhémérséklet képernydn tudja

vezérelni.
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Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 135].

Program

Jelezze, ha a kivant kilépd vizhémérséklet meghatdrozdsa a programozds szerint
torténik vagy nem.

A kilép6 viz célhémérséklet modja [2.4] erre a kovetkezd hatdssal van:

= A Rogzitett kilépd viz célhEémérséklet mdédban a programozott m(veletek
el6re beallitott vagy egyéni kivant kilép& vizhémérsékletekbdl alinak.

= Az Id6jarasfiiggd kiléps viz célhémérséklet mddban a programozott
mdveletek el6re bedllitott vagy egyéni kivant korrekciés miveletekbdl alinak.

# Kéd Leiras
[2.1] N/A Program:
= 0: Nem
= 1: Igen

F(ités program

Adjon meg egy fltési hémérséklet programot a f6 zéna szamara a [2.2] Flités
program beallitdson keresztil.

Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].
Hiités program

Adjon meg egy hitési hémérséklet programot a f6 zéna szamdra a [2.3] Hlités
program beallitdson keresztul.

Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].

Célhé6m.mod

Hatarozza meg a célhémérsékleti modot:

= Rogzitett: a kivant kilép& vizhEGmérsékletet nem flgg a kilsé kornyezeti
hémérséklettdl.

= IF fltés, rogzitett hiités mddban a kivant kilépd vizhEmérsékletet:
- fltés esetén a kilsé kornyezeti h6mérséklettdl figg
- h(tés esetén NEM flgg a kils6 kornyezeti hémérséklettdl

= Id6jarasfiggo modban a kivant kiléps vizhémérsékletet a kilsé kornyezeti
hémérséklettdl flgg.

# Kod Leiras
[2.4] N/A Célhom.mod:
= Rogzitett

= IF fltés, rogzitett hités

= Id6jarasfiggo

Az id6jarasfiggd Uzemeltetés aktivdldsakor az alacsonyabb kiltéri hémérséklet
melegebb vizet eredményez, és forditva. |d6jarasfliiggd lGzemmaddban a felhasznald
korrigdlhatja a viz célhémérsékletét felfelé vagy lefelé, legfeljebb 10°C-kal.

F(itési IF gérbe

A {6 zona idGjarasfliggd flitésének beallitdsa (ha [2.4]=1 vagy 2):
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# Kod Leiras
[2.5] [1-00] Id6jarasfliggd fltés bedllitasa:
[1-01] Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
[1-02] 2 modszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos
gorbe" [» 148] és "10.5.3 Gorbeeltoldsos
[1-03]

gorbe" [» 149]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az alabbi
abran lathaté maédon.

Tt 4

[1-02]

[1-03]

3

[1-00] [1-01] Ta

= T,: Cél kilép& vizhEmérséklet (f6 zona)

= T,: KGltéri hémérséklet

= [1-00]: Alacsony kilsé kornyezeti hémérséklet.
—40°C~+5°C

= [1-01]: Magas kuls6 kornyezeti hémérséklet.
10°C~25°C

= [1-02]: A kivant kilépd vizhGmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti

hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenl6.
[9-01]°C~[9-00]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie az [1-03] értéknél, hiszen
alacsonyabb kiltéri hémérsékleten melegebb
vizre van szikség.

= [1-03]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a

kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenlé.
[9-01]°C~min. (45, [9-00])°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie az [1-02] értéknél,
hiszen magasabb kiltéri hémérsékleten nincs
szUkség olyan meleg vizre.

Hlitési IF gorbe

A {6 zona idGjarasfiiggs hitésének bedllitasa (ha [2.4]=2):

SzerelGi referencia-Utmutato
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# Kéd Leiras
[2.6] [1-06] Id6jarasfliggd hlités beallitasa:
[1-07] Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
[1-08] 2 modszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos

gorbe" [» 148] és "10.5.3 Gorbeeltoldsos
gorbe" [» 149]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az alabbi
abran lathaté maédon.

T A

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3
>

[1-06] [1-07] Ta

= T,: Cél kilép& vizhEmérséklet (f6 zona)
= T,: KGltéri hémérséklet

= [1-06]: Alacsony kilsé kornyezeti hémérséklet.

10°C~25°C
= [1-07]: Magas kuls6 kornyezeti hémérséklet.
25°C~43°C

= [1-08]: A kivant kilép8d vizhEmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti
hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenl6.
[9-03]°C~[9-02]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie az [1-09] értéknél, hiszen
alacsonyabb  kaltéri  hémérsékleten  nincs
szlkség olyan hideg vizre.

= [1-09]: A kivant kilép8 vizhEmérséklet, ha a
kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenlé.
[9-03]°C~[9-02]°C
Megjegyzés: Ennek az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie az [1-08] értéknél,
hiszen  magasabb  klltéri  hémérsékleten
hidegebb vizre van sziikség.

Héleadé tipusa

A 6 zona felmelegitése vagy leh(tése tobb id6t vehet igénybe. Ez a kovetkezdktd!
flgg:

= Arendszer vizmennyiségétdl

= A {8 zona hékibocsatdjanak tipusatol

Az H6leadd tipusa beallitds kompenzalhatja a lassu vagy gyors f(itési/hiitési
rendszert a felmelegitési/leh(itési ciklus alatt. A szobatermosztatos szabalyozaskor
az H6leadd tipusa befolydsolja a kivant kilépd vizhEmérséklet maximalis

szabdlyozasat, illetve a beltéri kils6 hémérséklet alapjan torténd automatikus
fités/htés atallas hasznalatat.
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Az H6leadd tipusa beadllitdst fontos pontosan és a rendszer elrendezésének
megfelel6en bedllitani. A f6 zéndra vonatkozd cél hémérséklet-kilonbség ettdl

flgg.

# Kod

Leiras

[2.7] [2-0C]

H6leadd tipusa:
= 0: Padlofités

= 2:Radiator

= 1: Kl1imakonvektor

Az H6leadd6 tipusa bedllitds befolyasolja a térflités célhGmérséklet-tartomanyat
és a fltés cél hémérséklet-kilonbségét az alabbiak szerint:

Leiras

Térflités célhémérséklet-
tartomanya

Fiités cél hdmérséklet-
kiilonbsége

0: Padlofiités

Maximum 55°C

Valtozo (lasd: [2.B.1])

1: Klimakonvektor

Maximum 55°C

Valtozo (lasd: [2.B.1])

2: Radiator

Maximum 65°C

Valtozé (Iasd: [2.8.1])

®

MEGJEGYZES

Térflités esetén a maximalis célhémeérséklet a kibocsato tipusatol figg, amint a fenti
tablan lathatd. 2 vizhémérsékleti zona esetén a maximalis célhémérséklet a 2 zéna
kozil a magasabbik.

®

MEGJEGYZES

Ha NEM a kovetkezé mddon allitja be a rendszert, az a hdékibocsatok karosodasat
okozhatja. 2 zona megléte esetén fontos, hogy:

= alegalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezé zéna legyen bedllitva f6 zénaként,
és

= alegmagasabb vizhémérséklettel rendelkez6 zdna pedig a kiegészit6 zonaként.

MEGJEGYZES

Ha a 2 zonas konfiguracioban a kibocsatok tipusa rosszul van bedllitva, a rendszer
magas hdémérsékletli vizet vezethet az alacsony hémérsékletl kibocsatora
(padlofiités). Ennek elkerilése érdekében:

= Szereljen be egy vizh6temporald/termosztatikus szelepet, hogy elkerilhetd
legyen, hogy az alacsony hémérsékletld kibocsatd tdl magas hémérsékletnek
legyen kitéve.

® Bizonyosodjon meg rdla, hogy a f6 zona [2.7] és a kiegészité zona [3.7]
kibocsatotipusat a beszerelt kibocsatonak megfeleléen allitja be.
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MEGJEGYZES
Atlagos hd&kibocsaté-hémérséklet = kilépS vizhémérséklet — (hémérséklet-

kilonbség)/2

Ez azt jelenti, hogy egyez6 kilépbviz-célh6mérséklet esetén a radidtorok atlagos
hékibocsatdo-hémérséklete a nagyobb hémérséklet-kilonbség miatt alacsonyabb,
mint a padléfiitésé.

Példa — radiatorok: 40-10/2=35°C
Példa — padlofités: 40-5/2=37,5°C
Ezt a kovetkez6képpen kompenzalhatja:
= Novelheti az id6jarasfligg6 gorbe kivant hémérsékleteit [2.5].

= Engedélyezheti a kilép6 vizhémérséklet szabalyozasat, és névelheti a szabalyozas
maximalis mértékét [2.C].

H6m. tart. beallitas

A f6 kilép6 vizhémérsékleti zédna helytelen (vagyis tul magas vagy alacsony)
vizhémérsékletének megel6zése érdekében korlatozza a h6mérséklet-tartomanyt.

MEGJEGYZES
Padlof(itéses rendszer esetében fontos:

® a kimend viz maximalis hémérsékletének korlatozasa flitésnél, hiszen erre a
padloflitési rendszer paraméterei alapjan szikség lehet.

® a kilépé viz minimalis hémérsékletének 18~20°C-ra korlatozdsa htésnél,
ellenkez6 esetben para csapddik le a padlora.

MEGJEGYZES
= A kilép6 viz hémérséklet-tartomanyainak szabalyozasa esetén az Gsszes kivant

kilép6 vizhémérséklet szabdlyozdsa is megtorténik annak biztositasa érdekében,
hogy azok a korlatok kozott legyenek.

* Mindig hozza egyensilyba a kivant kilép6 vizhémérsékletet a kivant
szobah6meérséklettel és/vagy a teljesitménnyel (a kialakitdas és a vaélasztott
hékibocsatdk fuggvényében). A kivant kilépd vizhémérséklet szamos bedllitas
eredménye (el6re bedllitott értékek, korrekcids gorbék, idGjarasfiggs gorbék,
szabalyozds). Ennek eredményeként tul magas vagy tul alacsony kilépd
vizhémérsékletek jelentkezhetnek, amely magas hdémérséklethez vagy
teljesitménycsokkenéshez vezethet. A kilépd viz hémeérséklet-tartomanyanak
megfelels szintre torténd korlatozasaval (a h6kibocsatotdl fuggben) elkerilhetéek
a hasonld helyzetek.

Példa: Fltési mddban a kilépd vizhEmérsékleteknek kell6 mértékben magasabbnak
KELL lennitk a szobah&mérsékleteknél. Allitsa be a minimalis kilép6
vizh6mérsékletet 28°C értékre annak elkertlése érdekében, hogy nehogy ne tudja
felf(teni a szobat.

EZWC

l—AS"C

# | Kéd | Leirés
A f6 kilép6 vizhEmérsékleti zéna kilépd vizhEmeérsékleti tartomanya (= az a kilépé
vizhémérsékleti zona, ahol flités kozben a legalacsonyabb a kilépd viz
hémérséklete, illetve a hltés kdzben a legmagasabb)
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# Kéd Leiras
[2.8.1] [9-01] Flitési minimum:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Flitési maximum:
= [2-0C]=2 (kibocsatdétipus f6 zonaja = radiator)
37°C~60°C
= Egyébként: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Hltési minimum:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Hltési maximum:
= 18°C~22°C
Vezérlés

Hatdrozza meg, hogyan szabalyozhatd az egység mikodése.

Vezérlés Ebben a vezérlésben...

Kilép6 viz Az egység miikodésének meghatdrozasa a kilépd viz

hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobahdmeérséklettsl és/vagy a szoba hiitési vagy flitési
igényétdl figgetlendl.

Kulso

Az egység miikodését a kilsé termosztat vagy egy azzal

szobatermosztat egyenrangu elem (példaul hészivattyu-konvektor)

hatarozza meg.

Szobatermosztat Az egység miikodésének szabdlyozasa a dedikalt kényelmi

felhasznaldi feltlet (szobatermosztatként hasznalt
BRCIHHDA) kiiltéri hémérséklete alapjan torténik.

Kod Leiras

[2.9]

[C-07] = 0:Kilép6 viz
= 1: Kiils6 szobatermosztat
= 2:Szobatermosztat

Kiils6 termosztat tipusa

Csak kils6 szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté.

®

MEGJEGYZES

Kils§ szobatermosztat haszndlata esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé
szobatermosztat szabdlyozza. A szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges,
haa [C.2] Térfiités/-hltés=Be.
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# Kod Leiras

[2.A] [C-05] Kilsé szobatermosztat tipusa a f6 zéndban:

= 1: 1 csatlakozd: A hasznalatban lévé kilsé
szobatermosztat csak flités BE/KI feltételt tud
kialdeni. Nincs elvalasztva a flitési és a h(tési
igény. A szobatermosztdt csak 1 digitdlis
bemenetre van csatlakoztatva (X2M/35).

A hdészivattyu konvektorhoz torténé csatlakozas
esetén valassza ezt az értéket (FWXV).

= 2: 2 csatlakozé: A hasznalatban 1évé kilsé
szobatermosztat kialon fitési/hitési fités BE/KI
feltételt tud kildeni. A szobatermosztadt 2
digitdlis bemenetre van csatlakoztatva (X2M/35
és X2M/34).

A tobbzdénas vezetékes vezérl6khoz (lasd:
"5.2.1 A klltéri egység opcidi" [» 21]),
vezetékes szobatermosztatokhoz (EKRTWA)
vagy vezeték nélklli szobatermosztatokhoz
(EKRTRB) torténé csatlakozas esetén vdélassza
ezt az értéket.

Kilép6 vizhémérséklet: Homérséklet-kiilonbség

A f6 zéna f(itésénél a cél hémérséklet-kilonbség a f6 zdna kivalasztott
kibocsatotipusatdl fugg.

A hémérséklet-kilonbség a kilépd és a belépd viz kdozotti hEmérséklet-kilonbség
abszolut értéke.

Az egység tdmogatja a padldflitéses Gzemet. Az ajanlott kilépd vizhémérséklet a
padloflités csoveinek esetében 35°C. llyen esetben az egység 5°C-os hémérséklet-
kilonbséget allit be, ami azt jelenti, hogy az egység beléps vizhEmérséklete
kordlbeltl 30°C.

A felszerelt h6ékibocsatd tipusatdl (radidtorok, hdszivattyu-konvektor, padloflités),
illetve az elhelyezéstél figgéen mddosithatja a belépd és kiléps vizhEmérséklet
kilonbségét.

Megjegyzés: A szivattyU szabdlyozza az dramlast annak érdekében, hogy megtartsa
a hdémeérséklet-kilonbséget. Bizonyos egyedi esetekben a mért hémérséklet-
kilonbség eltérhet a megadott értéktdl.

INFORMACIO

°
l Ha a kiegészit6 flitéelem aktivan flit, a hdmérséklet-kiilonbség a kiegészitd flitGelem
rogzitett kapacitasa alapjan lesz szabalyozva. Ez a hémérséklet-kiilonbség eltérhet
a kivélasztott cél hémérséklet-kulonbségtdl.

INFORMACIO

Flités esetén a cél hGmérséklet-kiilonbség a kilép6 viz célhGmérséklete és a belépd
hémérséklet kozott az inditaskor fennalld nagymértékl eltérés miatt csak bizonyos
GzemidG elteltével, a célhémérséklet elérésekor all be.

i @
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INFORMACIO

Ha a f6 vagy a kiegészitd zénanak flitésigénye van, és az érintett zona fel van szerelve
radiatorokkal, akkor az egység 4dltal a flitéshez haszndlt megcélzott hémérséklet-
kilonbség a [2.B] esetében beallitott hémérsékleti érték lesz.

i @

Ha a zondk nincsenek radiatorokkal felszerelve, akkor flités esetében az egység a
kiegészité zona cél hémérséklet-kilonbségének ad els6bbséget, ha a kiegészité
zénanak van fltésigénye.

A h(ités sordn az egység a kiegészité zona cél hémérséklet-kilonbségének ad
els6bbséget, ha a kiegészit§ zénanak van h(tésigénye.

# Kod Leiras

[2.B.1] [1-0B] Flitési homérséklet-kiilonbség: Szikséges
egy minimalis hémérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfelelé mikodéséhez flitési
maodban.
= Ha [2-0C]=2: 10°C~12°C

- Egyébként: 3°C~12°C
[2.B.2] [1-0D] Hitési homérséklet-kiilonbség: Szlikséges
egy minimalis hémérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfeleld mikodéséhez hiitési
maodban.

= 3°C~10°C

Kilép6 vizhémérséklet: Szabalyozas
Kizdrolag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhatoé.

A szobatermosztat funkcid haszndlata esetén a felhasznaldnak meg kell adnia a
kivant szobahd&mérsékletet. Az egység meleg vizet szolgdltat a hdékibocsatok
szamara, és azok felf(itik a szobat.

Tovabba a kivant kilépd vizhEmérsékletet is konfiguralni kell: ha a Szabalyozas
engedélyezve van, az egység automatikusan kiszamitja a kivant kilépd
vizh6mérsékletet. Ezek a szamitdsok az aldbbi tényez6ktdl fliggenek:

= az el6re bedllitott hémérséklettdl, vagy

= a kivant idGjarasfiggé hdémérséklettél (ha az id6jarasfiggd szabdlyozas
engedélyezve van)

Tovabbd, ha a Szabalyozas engedélyezve van, a rendszer noveli vagy csokkenti a

kivant kilép6 vizhémérsékletet a kivant szobahé&meérséklet, valamint a tényleges és

a kivant szobah&mérséklet kilonbségének flggvényében. Ennek eredménye a

kovetkezé:

= a kivant hémérsékleteknek pontosan megfelel6 dllandd szobah&mérséklet
(magas kényelmi fok)

= kevesebb be/ki ciklus (csendesebb mikodés, nagyobb kényelem és hatékonysag)

= a vizh6mérséklet a lehetd legalacsonyabb, amely még megfelel a kivant
hémérsékletnek (nagyobb hatékonysag)

Ha a Szabalyozas le van tiltva, a kilépd vizh6mérsékletet a [2] F6 z6na
képernydn allitsa be.
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# Kéd Leiras
[2.C.1] [8-05] Szabalyozas:
= 0 Nem (letiltva)
= 1 Igen (engedélyezve)
Megjegyzés: A kivant kilép& vizhEmérsékletet
kizarédlag a felhasznaloi  fellleten  lehet
leolvasni.
[2.C.2] [8-06] Max. szabdlyozas:
= 0°C~10°C
Ez az a hémérsékletérték, amellyel a kivant kiléps
vizhmérséklet névelve vagy csdkkentve lesz.
. INFORMACIO
l Amikor a kilép& vizhEmérséklet szabalyozasa engedélyezve van, az id6jarasfliggd
gorbét magasabb helyzetbe kell allitani, mint a [8-06] beallitds, tovabba a kilépd
vizhémérséklet minimalis célhémérsékletének el kell érnie egy stabil allapotot a
szoba kényelmi célhémérsékletén. A hatékonysag novelése érdekében a szabalyozas
csokkentheti a kilépd viz célhémérsékletét. Az id6jardsfliggé gorbe a magasabb
helyzetbe allitdsaval nem csdkkenhet a minimalis célhémérséklet ala. Lasd az alabbi
abrat.
Tt
w0 [[7TTTT NG
~[8-06]
\ a
Ta
a |dgjarasfiggd gorbe
b Akilépd vizhémérséklet minimalis célhémérséklete el kell érjen egy stabil allapotot
a szoba kényelmi célhémérsékletén.
IF gorbe tipusa

Az id6jardsfliggd gorbe a 2 pont maddszerrel vagy a Gorbeeltolas maodszerrel
hatarozhatd meg.

Lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 148] és "10.5.3 gorbeeltoldsos gorbe" [» 149].

#

Kod Leiras

[2.E]

N/A = 2 pont

= GOrbeeltolas

10.6.4 Kiegészit6 zéna

Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:
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3

1y Szoba

[3] Kiegészitd zodna

%F;:":sm o Célhdmérséklet képernydje
e Térfiités/-hiités [3.1] Pro gram

[# Tartaly

[3.2] Flités program

[3.3] Hiités program

[3.4] Cé1h6m.mod

[3.5] Fitési IF gorbe

[3.6] Hitési IF gorbe
[3.7]H61eadd tipusa
[3.8]HOm. tart. beadllitas
[3.9] Vezérlés

[3.A] Kiils6 termosztat tipusa
[3.B] Homérséklet-kiilonbség
[3.C] IF gbrbe tipusa

Célhémérséklet képernydje

A kiegészit6 zona kilépS vizhémérsékletét a [3] Kiegészitd
célhémérséklet képernydn tudja vezérelni.

Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 135].

Program

Azt jelzi, ha a kivant kilép6 vizhémérsékletet egy program hatdrozza meg.

Lasd: "10.6.3 F6 zona" [» 158].

t# Kod Leiras

[3.1] N/A Program:
= Nem

= Igen

F(ités program

Adjon meg flitési hGmérséklet programot a kiegészité zona szdmara a [3.2] Flités

program beallitason keresztll.

Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].

H(ités program

Adjon meg egy h(itési hGmérséklet programot a kiegészit§ zéna szamara a [3.3]

Hiités program beallitdson keresztil.
Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 141].

Célhé6m.mod

A kiegészit6 zéna célhémérséklet mddja a f6 zéna célhémérséklet madjatol

flggetlendl allithatd be.
Lasd: "Célhém.méd" [» 159].
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Kéd

Leiras

(3.4]

N/A

Célhém.modd:

= Rogzitett

= IF flités, rogzitett hiités
= Id6jarasfliggd

Flitési IF gorbe

A kiegészit6 zéna idGjarasfliggs flitésének beallitasa (ha [3.4]=1 vagy 2):

# Kod Leirds
[3.5] [0-00] Id6jarasfligg6 flités beallitasa:
[0-01] Megjegyzés: Az idGjarasfliggsd gorbe bedllitdsara
[0-02] 2 mdédszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos
gorbe" [» 148] és "10.5.3 Gorbeeltolasos
[0-03]

gorbe" [» 149]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az aldbbi
abrdn lathaté modon.

Tt A

[0-01]

[0-00]

>
3

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Cél kilép& vizhEmérséklet (kiegészitd zona)

= T,: KGltéri hémérséklet

= [0-03]: Alacsony kulsé kornyezeti hémérséklet.
—40°C~+5°C

= [0-02]: Magas kulsé kornyezeti hémérséklet.
10°C~25°C

= [0-01]: A kivant kilép6 vizhEmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti

hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenld.
[9-05]°C~[9-06]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie a [0-00] értéknél, hiszen alacsonyabb
kiltéri hémérsékleten melegebb vizre van
szlikség.

= [0-00]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a
kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenld.
[9-05]~min. (45, [9-06])°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie a [0-01] értéknél,
hiszen magasabb kiltéri hémérsékleten nincs
szlkség olyan meleg vizre.

H(itési IF gérbe

A kiegészit6 zona id6jarasfliggs hltésének bedllitasa (ha [3.4]=2):
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# Kod Leiras
[3.6] [0-04] Id6jarasfliggd hlités beallitasa:
[0-05] Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
[0-06] 2 modszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos

gorbe" [» 148] és "10.5.3 Gorbeeltoldsos
gorbe" [» 149]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az alabbi
abran lathaté maédon.

Tt 4

[0-07]

[0-05]

[0-04]

3

[0-07] [0-06] Ta

= T,: Cél kilép& vizhémérséklet (kiegészitd zona)
= T,: KGltéri hémérséklet

= [0-07]: Alacsony kilsé kornyezeti hémérséklet.

10°C~25°C
= [0-06]: Magas kuls6 kornyezeti hémérséklet.
25°C~43°C

= [0-05]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti
hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenl6.
[9-07]°C~[9-08]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie a [0-04] értéknél, hiszen alacsonyabb
kiltéri hémérsékleten nincs szlkség olyan
hideg vizre.

= [0-04]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a
kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenlé.
[9-07]°C~[9-08]°C
Megjegyzés: Az értéknek alacsonyabbnak kell
lennie az [0-05] értéknél, hiszen magas kultéri
hémérsékleten hidegebb vizre van sziikség.

Héleadd tipusa

A HO6leadd tipusa beadllitdssal kapcsolatos tovabbi informaciokért, lasd:
"10.6.3 F6 zéna" [» 158].

# Kéd Leiras
[3.7] [2-0D] H6leadé tipusa:
= 0: Padlofiités
= 1: K1imakonvektor

= 2:Radiator

A kibocsatéd tipusanak beadllitdsa befolyasolja a térfltés célhémérséklet-
tartomanyat és a flités cél hémérséklet-kilonbségét az alabbiak szerint:
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H6leadé tipusa
Kiegészitd6 zona

Térflités célhomérséklet-
tartomanya [9-05]~[9-06]

Fiités cél hdmérséklet-
kiilonbsége [1-0C]

0: Padlofiités

Maximum 55°C

Valtozo (lasd [3.B.1])

1: Kl1imakonvektor

Maximum 55°C

Valtozd (1asd [3.B.1])

2: Radiator

Maximum 65°C

Valtozo (lasd [3.B.1])

H6m. tart. beallitas

AHOm. tart. bedllitas bedllitdssal kapcsolatos tovabbi informaciokért, 1asd:

1

'10.6.3 F& zona" [» 158].

Leiras

A kiegészits kilép6 vizhEmérsékleti zona kiléps vizhémérsékleti tartomanya (= az
a kilépd vizhEmérsékleti zona, ahol flités kdzben a legmagasabb a kilép6 viz
hémérséklete, illetve a hltés kozben a legalacsonyabb)

FUtési minimum: 15°C~37°C

FUtési maximum

radiator)
37°C~60°C

= [2-0D]=2 (kibocsatotipus kiegészité zdéndja

- Egyébként: 37°C~55°C

Hitési minimum
= 5°C~18°C

Hitési maximum
= 18°C~22°C

# . Kod
[3.8.1] [9-05]
[3.8.2] [9-06]
[3.8.3] [9-07]
(3.8.4] [9-08]
Vezérlés

A kiegészit6 zéna vezérlési tipusa csak olvashatd. A f6 zéna vezérl§jének tipusa

hatarozza meg.

Lasd: "10.6.3 F§ zona" [» 158].

# Kod

Leiras

[3.9] N/A

Vezérlés:

= Kilép6 viz, haa
Kilép6 viz.

= Kils6 szobate
vezérléjének tipusa:

- Kils6é szobate

- Szobatermosztat.

f6 zéna vezérlGjének tipusa

rmosztat, ha a f6 zdéna

rmosztat vagy

Kiils6 termosztat tipusa

Csak kils6 szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato.
Lasd még: "10.6.3 F§ zona" [» 158].
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# Kéd Leirds
[3.A] [C-06] Kilsé szobatermosztat tipusa a kiegészité
zonaban:

= 1: 1 csatlakozd. Csak 1 digitélis bemenetre
van csatlakoztatva (X2M/35a)

= 2: 2 csatlakozd. 2 digitdlis bemenetre van

csatlakoztatva (X2M/34a és X2M/35a)

Kilép6 vizhémérséklet: Homérséklet-kiilonbség
Tovabbi informacio: "10.6.3 F6 zéna" [» 158].

# Kéd Leiras
[3.B.1] [1-0C] Flitési homérséklet-kiilonbség: Sziikséges
egy minimalis hGmérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfeleld mikodéséhez flitési
modban.

= Ha [2-0C]=2: 10°C~12°C

- Egyébként: 3°C~12°C
[3.B.2] [1-0E] Hlitési hémérséklet-kilonbség: Szikséges
egy minimalis h6mérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfeleld mikodéséhez hiitési
maodban.

= 3°C~10°C

IF gorbe tipusa

Az id6jarasfliggs gorbék meghatarozasara 2 modszer alkalmazhato:
= 2 pont (lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 148])

= GOorbeeltolas (lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [» 149])

A [2.E] IF gorbe tipusa terlleten vdlassza ki, melyik mddszert szeretné
alkalmazni.

A [3.C] IF gorbe tipusa terlleten csak olvashaté mddban megjelenik a
kivalasztott mddszer (a [2.E] terlleten megadottal megegyez6 érték).

# Kod Leiras
[2.E]/[3.C] N/A = 2 pont
= GOorbeeltolas

10.6.5 Térflités/térh(ités

INFORMACIO

°
l A htés csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:

SzerelGi referencia-Utmutato
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e [4] Térfiités/-hiités
M/KiegéSfitﬁ zénf U . emmo’d
:g) Térfiités/-hiités

[ Tartaly

O Felhasznaloi beallitasok

Uzemméd program

Mikodési tartomany

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4] Zonak szama
[4.5] Szivattyu lizemmdd

[4.6] Géptipus

[4.7] vagy [4.8] Szivattyukorlatozas
[4.9] Tartomanyon kivili szivattyu
[4.A] NOvelés ©°C koril

[4.B] Tullépés

[4.C] Fagymentesités

A helyiség lizemmoddok bemutatasa

Az egysége lehet egy f(itd vagy f(it6/h(ité modell is:

= Ha az egység egy flit6 modell, képes felmelegiteni az adott teret.

= Ha az egység flit6/h(té modell, képes felmelegiteni vagy leh(iteni egy helyiséget.
Onnek kell meghatdroznia a rendszer szamara, hogy melyik (zemmaddot
hasznalja.

Annak meghatarozasa, hogy van-e felszerelve f(it6/h(it6 hészivattyu

1 |Lépjen a [4] pontra: Térfités/-hltés. (@O
2 |Ellendrizze, hogy a [4.1] Uzemmdd szerepel-e a listdban. Ha (@s-O

igen, van felszerelve flit6/h(ité hészivattyu.

Ha meg szeretné hatarozni, hogy a rendszer melyik helyiség Gzemmadot hasznalja,
a kovetkez8ket teheti:

Miivelet... Hely

Annak ellenérzése, hogy a rendszer melyik helyiség Kezddképernyd
Uzemmadot hasznalja éppen.

A helyiség zemmodd végleges beallitasa. Fémeni

Az automatikus modvaltas korldtozasa a havi program
alapjan.

Annak ellendrzése, hogy a rendszer melyik helyiség lizemmaoédot hasznalja éppen
A helyiség Gzemmdd a kezdSképernydén lathatd:

* Ha az egység fltés modban van, a L% ikon lathaté.

= Ha az egység h(ités mdédban van, a ¢ ikon lathato.

Az allapotjelz6 mutatja, hogy az egység éppen lUzemel-e:

= Ha az egység nem lzemel, az dllapotjelzé kéken pulzal, korilbelll 5 masodperces
id6kozokkel.

= Ha az egység mikodik, a jelz6lampa folyamatos kék fénnyel vilagit.

A kivant helyiség lizemmoad bedllitasa

1 Lépjena [4.1] pontra: Térfiités/-hiités > Uzemmdd @:-0
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2 | Valassza a kdvetkez§ opcidk egyikét: HGEe)
= Fltés: Csak flités tzemmod
= H{ités: Csak h(ités izemmoad

= Automatikus: Az Gzemmdd (fltés és hiités) automatikusan
valtozik a kultéri hémérséklet alapjan. Havi korlatozds a
kovetkezd szerint: Uzemmdd program [4.2].

Automatikus bedllitds esetén az egység az Uzemmdéd program [4.2] pont
alapjan valtoztatja az Gzemmddot. Ebben a programban a végfelhasznald jelzi, hogy
melyik hénaphoz melyik Gzemmad van engedélyezve.

Az automatikus maédvaltas program szerinti korlatozasa

Feltételek: A helyiség lzemmoddot Automatikus értékre kell allitani.

1 |Lépjena[4.2] pontra: Térfiités/-hiités > Uzemmod 1 Ne)
program.

2 |Vdlasszon egy honapot. {@::-0

3 | Minden honapnal valasszon egy lehet6séget: O---@

= Valtoztathato: Nincs korlatozva
= Csak fltés: Korlatozott
= Csak hités: Korlatozott

4 |ErGsitse meg a valtoztatasokat. QO

Példa: A madvaltas korlatozasai

Mikor Korlatozas
A hideg évszakban. Csak flités

Példa: Oktéber, november, december, januar,
februar és marcius.

A meleg évszakban. Csak hiités

Példa: Junius, julius és augusztus.

A kettd kozott. Valtoztathato

Példa: Aprilis, majus és szeptember.

Az egység a kultéri hémérséklet alapjan hatdrozza meg az Gzemmddot, ha:
= Uzemméd=Automatikus, és
= Uzemméd program=Valtoztathatd.

Az egység ugy hatdrozza meg az Uzemmadot, hogy az mindig az aldbbi mikodési
tartomanyon belll maradjon:

= Térfités kikapcsoldsi hémérséklete
= Térhiités kikapcsoldsi homérséklete

A kultéri hémérséklet szamitasa id6atlag alapjan torténik. Ha a kiltéri hémérséklet
csokken, az tzemmad fltésre valt, és forditva.

Ha a kiltéri hémérséklet a Térfltés kikapcsolasi hdémérséklete és a
Térhiités kikapcsolasi hoémérséklete kozé esik, az Gzemmod nem
valtozik.

SzerelGi referencia-Utmutato
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M(ikodési tartomany

Az atlagos kultéri hémérséklettsl fliggben, az egység miikodése térflités vagy
térhdtés kozben le van tiltva.

# Kod Leiras

[4.3.1] [4-02] Térfités kikapcsolasi homérséklete:
Ha az atlagolt kiltéri hémérséklet ezen érték folé
emelkedik, a térflités ki lesz kapcsolva.®

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Térhiités kikapcsolasi homérséklete:
Ha az atlagolt kiltéri hémérséklet ezen érték ald
csokken, a térh(tés ki lesz kapcsolva.®

= 10°C~35°C

@ Ennek a bedllitdsnak a segitségével torténik a f(ités/h(ités kozotti automatikus atallas.

MEGJEGYZES
Maximalis érték [4-02]. Beépitett kiegészitd flit6elemmel nem rendelkezé modellek

esetében:

= Az alapértelmezett érték [4-02]=22°C. Ez mddosithatd, de a maximalis értéket NE
|épje tul.
= Ha fel van szerelve a kilsé kiegészitd flitGelem: a maximalis érték [4-02]=35°C

= Ha NINCS felszerelve a kiilsé kiegészité flitéelem: a maximalis érték [4-02]=25°C

Kivétel: Ha a rendszer szobatermosztdt-vezérlésre van beadllitva egy kilépd
vizhémérsékleti zonaval és gyors hékibocsatokkal, az Gzemmdd a mért beltéri
hémérséklet alapjan mddosul. A kivant fltési és h(itési szobahémérséklet mellett a
szerel§ bedllit egy hiszterézisértéket (flités esetén példaul ez az érték a kivant
hitési hémérséklettel van Osszefliggésben), valamint egy eltolasi értéket (flités
esetén példaul ez az érték a kivant ftési h6mérséklettel van 6sszefliggésben).

Példa: Az egység a kdvetkez6képpen van konfiguralva:

= A kivant szobah&mérsékletet flités lzemmaoddban: 22°C

= A kivant szobahdmérsékletet hiités lizemmaddban: 24°C

= Hiszterézis értéke: 1°C

= Eltolds: 4°C

A fltésrél hitésre torténd valtas akkor megy végbe, ha a szobah&mérséklet a
maximalis kivant hitési hémérséklet és a hozzaadott hiszterézisérték o6sszege

(azaz 24+1=25°C) és a kivant flitési hémérséklet, valamint az eltolds értékének
Osszege (azaz 22+4=26°C) folé emelkedik.

Ellenkez6 esetben a h(tésrdl flitésre torténé valtds akkor megy végbe, ha a
szobahémérséklet a kivant szobahdmérséklet minimuma és a hiszterézisérték
kilonbsége (azaz 22-1=21°C), illetve a kivant h(itési h6mérséklet és az eltolasi
érték kilonbsége (azaz 24—4=20°C) ald esik

Véds id6zité a tul gyakori fltésrdl hitésre torténd, illetve forditott atallas
megakaddlyozasa érdekében.

# . Kéd | Leirés

A bels6 hémérséklethez kapcsolddd atallasi beallitasok.

Csak abban az esetben alkalmazhatd, ha a vélasztott bedllitds az Automatikus,
és a rendszert szobatermosztat-vezérlésre allitottak be 1 kilép§ vizhEmérsékleti
zénaval és gyors hékibocsatdkkal.
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# Kod Leiras

N/A [4-0B] Hiszterézis: Biztositja, hogy az atallas csak szikség
esetén torténjen meg.

A helyiség Gzemmadd a fltésrdl hiitésre torténd
atallasa csak akkor megy végbe, ha a
szobah&mérséklet a kivant szobahémérséklet és
a hiszterézis 6sszege folé emelkedik.

= Tartomdny: 1°C~10°C

N/A [4-0D] Eltolds: Biztositja az aktiv kivant
szobahdmérséklet elérését minden esetben.

Flités modban a helyiség Gzemmadd atdllasa csak
akkor megy végbe, ha a szobah6mérséklet a
kivant szobah&mérséklet és az eltolds dsszege
folé emelkedik.

= Tartomany: 1°C~10°C

Z6ndak szama

A rendszer maximum 2 vizhémérsékleti zonanak képes kilépd vizet biztositani. A
konfiguralas soran be kell llitani a vizhémérsékleti zondk szamat.

INFORMACIO

KeverGegység. Ha a rendszer elrendezése 2 kilépd vizhEmérsékleti zonat tartalmaz,
akkor fel kell szerelnie egy keverdegységet a f6 kilépé vizhémérsékleti zona elé.

i

# Kéd Leirds
[4.4] [7-02] = 0: Egyetlen zdna

Csak egy kilép& vizhémérsékleti zéna:

SO O

m i

a

a F& kilép6 vizhEmérsékleti zona

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
176 Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfigurélas

Kod Leiras

(4.4]

[7-02] = 1:Kett6s zdéna

Két kilépd vizh6mérsékleti zona. A f6 kilépd
vizhémérsékleti zona a nagyobb terhelés(
hékibocsatokbol all, valamint egy
keverGegységhbdl a kivant kilép& vizhEmérséklet
elérése érdekében. Flités esetén:

LY | 1)

b d
%D L]
—— | Wi

a Kiegészitd kilépd vizhémeérsékleti zona: a
legmagasabb hémérséklet

b F6 kilép& vizhémérsékleti zéna: a
legalacsonyabb hémérséklet

¢ Keverbegység

MEGJEGYZES

Ha NEM a kovetkez6 modon allitja be a rendszert, az a hékibocsatdk karosodasat
okozhatja. 2 zéna megléte esetén fontos, hogy:

® a legalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezd zona legyen beallitva f6 zonaként,
és

* alegmagasabb vizhémérséklettel rendelkezé zona pedig a kiegészit6 zonaként.

®

MEGJEGYZES

Ha a 2 z6nds konfiguracioban a kibocsatok tipusa rosszul van beallitva, a rendszer
magas homérsékletl vizet vezethet az alacsony hdémérsékletl kibocsatora
(padlofiités). Ennek elkerllése érdekében:

= Szerelijen be egy vizh6temporald/termosztatikus szelepet, hogy elkertlhetd
legyen, hogy az alacsony hémérsékletl kibocsatd tul magas hémérsékletnek
legyen kitéve.

* Bizonyosodjon meg rola, hogy a f6 zona [2.7] és a kiegészité zdéna [3.7]
kibocsatotipusat a beszerelt kibocsatonak megfelelGen dllitja be.

Szivattyu lizemmaéd

Ha a térf(ités/-h{tés zem Kl van kapcsolva, a szivattyl mindig K| van kapcsolva. Ha
a térflités/-h(ités izem BE van kapcsolva, az aldbbi Gzemmaddok kozil vélaszthat:
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Kod Leiras
[4.5] [F-0D] Szivattyu lUzemmdd:
= 0 Folyamatos: Folyamatos szivattydmukodés,
fuggetlenll a termosztat BE vagy Kl allapotatdl.
Megjegyzés: A folyamatos szivattydmikodés
tobb energidt igényel, mint a mintavételi vagy a
kérésalapu szivattyumakodés.
a
b
b
d
a Térflités/-h(ités szabalyozasa
b Ki
c Be
d Szivattyum(ikodés
[4.5] [F-OD] = 1 Mintavételezés: A szivattyd BE van
kapcsolva, amikor fltési vagy hitési igény all
fenn, mivel a kilép6 viz hémérséklete még nem
érte el a kivant h6mérsékletet. Ha a termosztat
KI allapotban van, a szivattyd minden 3.
percben elindul, és rendszer ellen6rzi a
vizh6mérsékletet, valamint szlkség esetén
fltést vagy hitést kér. Megjegyzés: A
mintavételezés CSAK a kilép& vizhémérséklet
szabdlyozasa alatt érhet6 el.
a
b
d e P
9
1 1
C
a Térflités/-h(ités szabalyozasa
b Ki
c Be
d Kilép6 viz h6mérséklete
e Tényleges
f Kivant
g Szivattyumkodés
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# Kod Leiras
[4.5] [F-0D] = 2 Kérés: SzivattyUm(ikodés kérés alapjan.
Példa: Szobatermosztat és termosztat

haszndlata fltés BE/KI feltételt hoz Iétre.
Megjegyzés: NEM érhet6 el a kilépd
vizhémérséklet szabdlyozasa alatt.

\_Q. T

oo

a Térflités/-h(ités szabalyozasa
b Ki
cBe

d Fitési igény (a kllsé szobatermosztattol vagy a
szobatermosztattol)

e Szivattyumkodés

Géptipus

A menlnek ebben a részében olvashatd le, hogy milyen tipusly egység van
hasznalatban:

# Kéd Leiras
[4.6] [E-02] Géptipus:
= 0Valtoztathato
= 1 Csak fltés

Szivattyukorlatozas

A szivattylsebesség [9-0D] korldtozasa adja meg a maximalis szivattyUsebességet.
Normal feltételek kozott az alapértelmezett beallitdst NEM szabad mddositani. A
szivattylUsebesség korlatozdsat a rendszer felllirja, ha az aramldsi sebesség a
minimalis dramlas tartomanydba esik (7H hiba).

A legtobb esetben a [9-0D] alkalmazédsa helyett hidraulikus nyomadaskiegyenlités
végrehajtasaval is kikliszobolhetdk az aramlasi zajok.

# Koéd Leiras

[4.7] [9-0D]

Szivattyukorlatozas

A lehetséges értékeket 1asd alabb.

Lehetséges értékek:

Erték Leiras
0 Nincs korlatozas
1~4 Altaldnos korlatozas. Minden kérilmények kézott van
korldtozas. A szlkséges delta T szabdlyzas és kényelem NEM
garantalt.

= 1:90%-0s szivattyusebesség
= 2: 80%-0s szivattyusebesség
= 3. 70%-0s szivattyusebesség

= 4. 60%-0s szivattyusebesség
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Erték Leiras
5~8 Korlatozas, ha nincs miikodtets egység. Ha nincs flitési kimenet,

a szivattyUsebesség korlatozdsa érvényben van. A f(itési
kimenet esetén a szivattylUsebességet csak a h6mérséklet-
kalonbség és a szlkséges teljesitmény viszonya hatarozza meg.
Ezen korldtozasi tartomany esetében a hémérséklet-kilonbség
lehetséges, és biztositva van a kényelem.

A mintavételezési Gzemmad kdzben a szivattyu rovid ideig
mUkodik, hogy megmérje a viz hémérsékletét, amelybdl kiderdl,
hogy szUkséges-e mUveletet végrehajtani.

= 5:90%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben
= 6:80%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben

= 7:70%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben

= 8:60%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben

A maximalis értékek az egység tipusatol fuggnek:

[9-0D]=0 [9-0D]=1/5
a (kPa) a (kPa)

I
\ ™\

\
\
\

b (I/min) b (/min)

[9-0D]=2/6 [9-0D]=3/7
a (kPa) a (kPa)

\
N
\

\ \
i e LN\

b (I/min) b (/min)

[9-0D]=4/8
a (kPa)

\

a Kulsé statikus nyomas
b Vizaramlas sebessége

b (I/min)
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Tartomanyon kiviili szivattyu

Ha a szivattyimdkodés funkcio le van tiltva, a szivattyd akkor all le, ha a kultéri
hémérséklet magasabb a Térfiités kikapcsolasi homérséklete [4-02]
paraméter értékénél, illetve akkor, ha a kultéri hémérséklet a Térhlités
kikapcsolasi homérséklete [F-01] paraméter értéke ald sillyed. Ha a funkcio
engedélyezett, a szivattyu barmilyen kiltéri h6mérséklet esetén mdkddhet.

t# Kod Leiras
[4.9] [F-00]

Szivattyumikodés:

= 0: Letiltva, amennyiben a kiltéri hémérséklet
nagyobb mint [4-02], illetve kisebb mint [F-01]
a flitési/htési tzemmodtoél fuggben.

= 1:  Minden kUltéri hémérséklet esetén
lehetséges.

Novelés 0°C korul

Ezen beadllitds haszndlata az épullet olvadt jég vagy ho pdarolgasa kovetkeztében
fellépé lehetséges héveszteségének kiegyenlitésére haszndlhatd. (Példaul a hideg
régiok orszagaiban.).

Fltés kozben a kivant kiléps vizhEmérséklet a helyszinen né 0°C kordli kultéri
hémérséklet esetén. Ez a kiegyenlités abszolut vagy iddjarasfiggd kivant
hémérséklet hasznélata esetén valaszthatd (lasd az alabbi dbrat).

a Abszolut kivant kilép& vizh6mérséklet
b Id&jarasfliggd kivant kilépd vizhmérséklet

# Kod Leiras

[4.A]

[D-03]

Novelés 0°C koril

= O
= 1:
=2
= 3

4

Nem
novekedés

:novekedés

novekedés

:novekedés

2°C,
4°c,
2°C,

tartomany 4°C
tartomany 4°C
tartomany 8°C

4°C, tartomany 8°C

Tullépés
Korlatozas: Ez a funkciod csak fltés tzemmaodban mikodik.

Ez a funkcid meghatdrozza, hogy a vizhémérséklet mennyivel emelkedhet a kivant
kilepé vizhémérséklet folé, miel6tt a kompresszor ledllna. A kompresszor Ujbdl
beindul, amikor a kilépd vizhémérséklet a kivant kilépd vizhEmérséklet ala esik.

t# Kod Leiras

[4.B] [9-04] Tullépés:

= 1°C~4°C

Negativ irdnyu eltérés

Korlatozas: Ez a funkcié csak hités Gzemmaddban, a kompresszor inditasa soran
mUkodik. Egyenletes mikodés esetén NEM alkalmazhato.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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10.6.6 Tartaly

Ez a funkcié meghatdrozza, hogy a vizhémérséklet mennyivel csokkenhet a kivant
kilep6 vizhémérséklet ald, miel6tt a kompresszor ledllna. A kompresszor Ujbdl
beindul, amikor a kilép8 vizhémérséklet a kivant kilépd vizhEmérséklet félé né.

# Kéd Leiras
Nem [9-09] Negativ irdnyu eltérés:
alkalmazhatd . 1°C~18°C
Fagymentesités

Az Fagymentesités [1.4] vagy a [4.C] megakaddlyozza, hogy tul hideg legyen a
szobdban. A szobai fagyvédelemmel kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd:
"10.6.2 Szoba" [» 153].

Attekintés
Az almeni a kovetkez§ elemeket tartalmazza:
[5] Tartaly
ik Teérfiités/-hiites A TR ,
(Em=ay Célhémérséklet képernydje
O Felhasznaloi besllitasok [5.1] Er6teljes lzemeltetés

@ Informacio

5

Il Kiegészits zéna

[5.2] Kényelmi célh6mérséklet

[5.3] Gazdasagos célhOmérséklet
[5.4] Ujramelegités célhémérséklet
[5.5] Program

[5.6] Felfités méd

[5.7] Fert6tlenités

[5.8] Maximum

[5.9] Hiszterézis

[5.A] Hiszterézis

[5.B] Célhoém.mod

[5.C] IF gorbe

[5.D] Kiilonbség

[5.E] IF gorbe tipusa

Tartaly célhémérséklete képernyd

A hasznalati meleg viz h6mérsékletét a célhémérséklet képernyén allithatja be.
Tovabbi informaciok ennek elvégzésével kapcsolatban: "10.3.5 Célhémérséklet
képernydje" [» 135].

Er6teljes lizemeltetés

Az erGteljes Uzemeltetést arra hasznalhatja, hogy azonnal elkezdje felmelegiteni a
vizet az el6re megadott értékre (Kényelmi betdrolds). Ez ugyanakkor plusz energiat
hasznal. Ha az er6teljes Gzemeltetés aktiv, a 5 ikon l4thatd a kezdSképernydén.

Az erételjes lizemeltetés aktivalasa

Az Er6teljes Uzemeltetés a kovetkez6képpen kapcsolhatd be és ki:

1 |Lépjenaz [5.1] pontra: Tartaly > Er6teljes lzemeltetés (@O

2 | Kapcsolja Ki vagy Be az er6teljes Gizemeltetést. QO
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Hasznalati példa: Azonnal tobb meleg vizre van szlksége
Ha a kovetkezd helyzetben van:
= Mar elhasznalta a meleg viz nagy részét.

= Nem tud varni a kovetkez6 programozott m(iveletig, amely felmelegiti a HMV-
tartalyt.

Ekkor aktivalhatja a HMV erételjes mkodését.

El6ny: A HMV-tartaly azonnal elkezdi felmelegiteni a vizet az el6re megadott
értékre (kényelmi betarolas).

INFORMACIO

°
l A térflitési/-hltési és teljesitménycsokkenési problémak kockazata jelentésen
megnd, ha az erGteljes Gizemeltetés aktiv. A hasznalati meleg viz gyakori mikodtetése
esetén a térflités/-h(tés gyakran és hosszu idékre kimaradhat.

Kényelmi célhémérséklet

Kizarélag akkor alkalmazhato, ha a haszndlati meleg viz készitése Csak program
vagy Program + Ujramelegités. A program beadllitdsakor hasznalhatja a
kényelmi célhémérsékletet elére bedllitott értékként. Ha késébb mddositand a
betdrolas célhémérsékletet, azt csak egyetlen helyen kell megtennie.

A tartdly addig melegszik, amig el nem éri a kényelmi betarolasi h6mérsékletet. Ez
a magasabb kivant h6mérséklet programozott kényelmi betdroldsi mlvelet esetén.

Emellett a tarolas ledllitdsat is be lehet programozni. Ez a funkcié ledllitja a tartaly
fltését akkor is, ha az a célh6mérsékletet még NEM érte el. Csak akkor
programozza be a tdrolds ledllitasat, ha a tartaly flitése semmiképpen sem
kivanatos.

# Kod Leiras
[5.2] [6-0A] Kényelmi célhémérséklet:
= 30°C~[6-0E]°C

Gazdasagos célhémérséklet

A gazdasdgos betaroldsi h6mérséklet az alacsonyabb kivant tartdlyhémérsékletet
jeloli. Ez a kivant hémérséklet programozott gazdasagos tarolasi mlvelet esetén
(lehetdleg nappal).

# Kad Leiras
[5.3] [6-0B] Gazdasagos célhomérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Ujramelegités célhémérséklet

A kivant ujramelegitési tartalyh6mérséklet, amely a kovetkezd esetekben
hasznalatos:

= Program + Ujramelegités modban, Ujramelegités mdédban: a garantalt
minimalis tartdlyh6mérséklet beallitdsat a Ujramelegités célhémérséklet
minusz az Ujramelegitési hiszterézis adja meg. Ha a tartdlyh6mérséklet ezen érték
ala csokken, a rendszer felf(iti a tartalyt.

= taroldsi kényelem esetén, a haszndlatimelegviz-készités els6bbségének
biztositasa érdekében. Amikor a tartalyh6mérséklet ezen érték folé emelkedik, a
hasznélati meleg viz készités és a térflités/-h(ités egymast koveti.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05

183



10 | Konfiguralas

# Kéd Leirds
[5.4] [6-0C] Ujramelegités célhémérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0F])°C

Program

A tartdlyhémérséklet programjat a program képernyén allithatja be. A képernyével
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd: "10.4.3 Programozds képernyé:
Példa" [r 141].

Felftités mod

A hasznalati meleg viz 3 kalonb6z6 modon allithatd eld. Ezek a kivant
tartdlyhémérséklet  bedllitdsanak  modjdban  és  az  egység  kivant
tartalyhémérsékleten torténé mikodésében kilonbdznek egymastol.

# Kod Leiras
[5.6] [6-0D] Felfiités mod:

= 0: Csak Ujramelegités: Csak az
Ujramelegités Gzemmod engedélyezett.

= 1. Program + Ujramelegités: A
hasznalatimelegviz-tartdly flitése programozas
szerint torténik. A programozott felmelegitési
ciklusok kozott engedélyezett az Ujramelegités
Uzemmaod.

= 2: Csak program: A hasznalatimelegviz-
tartaly CSAK programozas szerint flithetd.

A tovabbi részleteket 1dsd az Uzemeltetési kézikdnyvben.

INFORMACIO

[ ]

l A térflités teljesitménycsokkenési kockazata a bels6 segédflitéelemmel nem
rendelkez6 hasznalatimelegviz-tartalyok esetén: A hasznalati meleg viz gyakori
mikodtetése esetén a térflités/-h(tés gyakran és hosszu id6kre kimaradhat, ha a
kovetkez6t valasztja:

Csak Ujramelegités > Felflités méd > Tartaly.

Fert6tlenités
Csak a hasznalati melegviz-tartallyal ellatott rendszerekre vonatkozik.

A fert6tlenités funkcid a hasznalatimelegviz-tartalyt fertStleniti azaltal, hogy
idénként felf(iti a haszndlati meleg vizet egy megadott hémérsékletre.

VIGYAZAT
A fert6tlenités funkcio beallitasait a szerel6nek KELL megadnia a vonatkozo

jogszabalyoknak megfelel6en.

# Kéd Leiras
[5.7.1] [2-01] Aktivalas:
= 0: Nem
= 1: Igen
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3

184

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfigurélas

# Kod Leiras
[5.7.2] [2-00] Mikodés napja:
= 0: Naponta
= 1: Hétf6
= 2: Kedd
= 3:Szerda
= 4: Csutortok
= 5:Péntek
= 6: Szombat
= 7:Vasarnap
[5.7.3] [2-02] Elindulds ideje
[5.7.4] [2-03] Tartaly célhOmérséklete:
55°C~75°C
[5.7.5] [2-04] Id6tartam:
5~60 perc
Tonw 4
[2-03] [2-04]
.4 ~
TU
0000 01,00 i 2200 23.00 24.00 1
[2-02]
Toww Haszndlati meleg viz h6mérséklete
T, Felhaszndld altal bedllitott célhémérséklet
T, Magas célhémérséklet [2-03]
t 1dS
FIGYELEM

Arra tgyelni kell, hogy a fert6tlenités tzemmdd utan a kifolyd haszndlati meleg viz
hémérséklete a [2-03] helyszini beallitas értéke szerinti lesz.

Ha a hasznalati meleg viz tul magas hémérséklete személyi sériilés kockazatat jelenti,
egy keverGszelepet (nem tartozék) kell a hasznélatimelegviz-tartdly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a keverészelepnek kell biztositania, hogy a
kifolyd meleg viz h6mérséklete soha ne mehessen egy beallitott maximalis érték folé.
A meleg viz megengedett legnagyobb hémérsékletét a vonatkozd jogszabdlyoknak
megfelel6en kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg rola, hogy varhatéan NEM jelentkezik majd hasznélatimelegviz-igény
a fert6tlenitési funkcié kezdési idejekor [5.7.3] és meghatarozott idStartama kozben
[5.7.5].
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VIGYAZAT

A BSH engedélyezési program [9.4.2] segitségével a heti program alapjan
engedélyezheté vagy korlatozhatd a segédflitGelem muiikodése. Tanadcs: A
fertGtlenités funkciéd sikertelen mikodésének elkerllése érdekében hagyja a
segédfiitéelemet (a heti program szerint) a fert6tlenités beprogramozott
id6pontjatol kezdve legaldbb 4 6raig mikodni. Ha a segédflitéelem a fert6tlenités
kdzben korlatozva van, a funkcié NEM lesz sikeres, és megjelenik a vonatkozd AH
figyelmeztetés.

MEGJEGYZES

FertGtlenitési lizemmoéd. A fert6tlenitési Gzemmodd akkor is aktiv marad, ha
KIKAPCSOLIA a tartdlyfditési Gzemmddot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha
azonban a fertétlenités futasa kdzben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakad.

i @

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertétlenités funkcid nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkez6ket ajanlott tennie:

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmodd
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerel&i bedllitadsoknal allithatja be (fertStlenités funkcid).

* Amikor a Csak program tzemmadd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mlveletet 3 draval a fert6tlenités funkcid induldsa el6ttre, hogy
el6re felmelegitse a tartalyt.

i @

INFORMACIO

A fert6tlenitési funkcid Ujraindul, ha a hasznalati meleg viz h6mérséklete 5°C-kal a
fert6tlenitési célhémérséklet ala esik a folyamat ideje alatt.

Maximalis HMV-célhémérséklet

A felhasznalok altal kivalaszthatéd maximalis hasznalati meleg viz hémérséklet. Ezt a
bedllitdst a melegvizcsapok hémérsékletének korlatozasara haszndlhatja.
* INFORMACIO
l A hasznalatimelegviz-tartaly fertétlenitése kozben a HMV-hémérséklet tullépheti a
maximalis értéket.
. INFORMACIO
l A maximalis melegviz-h6mérséklet legnagyobb értékét a vonatkozé jogszabdlyoknak
megfelel6en kell korlatozni.
Kéd Leiras
[5.8] [6-0E] Maximum:
A felhasznaldk altal kivalaszthatd maximalis
hasznalati meleg viz h6mérséklet. Ezt a beallitast
a melegviz-csapok hémérsékletének
korlatozasara hasznalhatja.
Fert6tlenitési funkcid kozben a maximalis
hémeérséklet NEM alkalmazhatd. Lasd:
fert6tlenités funkcio.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3

186

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05




10 | Konfigurélas

Hiszterézis (a hdszivattyi BEKAPCSOLASI hiszterézise)

Kizarolag akkor alkalmazhato, ha a hasznalati meleg viz készitésének beallitdsa Csak
Ujramelegités. Ha a tartaly hémérséklete az Ujramelegitési hémérséklet és a
h&szivattyl BEKAPCSOLAS| hiszterézisének kilonbsége ald esik, a tartaly
felmelegszik az Ujramelegitési h6mérsékletre.

A minimalis BEKAPCSOLASI hémérséklet 20°C, még ha a célhémérséklet
hiszterézise alacsonyabb is 20°C-nal.

# Kod Leiras
[5.9] [6-00] A hészivattyd BEKAPCSOLASI hiszterézise
= 2°C~40°C

Hiszterézis (Ujramelegitési hiszterézis)

Kizarolag akkor alkalmazhatd, ha a hasznalati meleg viz készitésének beadllitasa
Program+Ujramelegités. Ha a tartaly hémérséklete az Ujramelegitési hémérséklet
és az Ujramelegitési hiszterézis kilonbsége ald esik, a tartdly felmelegszik az
Ujramelegitési hémérsékletre.

# Kéd Leiras
[5.A] [6-08] Ujramelegitési hiszterézis
= 2°C~20°C

Célhé6m.mod

# Kod Leiras
[5.B] N/A Célhom.mdd:
= Rogzitett

= Id6jarasfliggd

IF gorbe

Ha az idgjarasfliiggd tzemmad aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatdrozza
a kivant tartalyhémérsékletet az atlagolt kultéri hémérséklet fliggvényében: mivel a
hideg viz csapja hidegebb, alacsonyabb kiltéri h&mérséklet magasabb
tartalyhémérsékletet eredményez, és forditva.

A haszndlati meleg viz Csak program vagy Program + Ujramelegités
készitése esetén a kényelmi betdroldsi hémérséklet id6jarasfiiggs (az iddjarasfiggd
gorbe alapjan), mig a gazdasagos betarolasi és az Ujramelegitési hémérséklet NEM
id6jarasfiggd.

A haszndlati meleg viz Csak  Ujramelegités mlivelete esetén a kivant
tartalyhémérséklet idGjarasfliiggé (az iddjarasfiggd gorbe alapjan). Id6jarasfiggd
muikodés alatt a végfelhaszndlé nem dllithatja be a felhaszndldi fellleten a kivant
tartalyhémérsékletet. Ldsd még: "10.5 Id6jarasfliiggd gorbe" [» 147].
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Kod

Leiras

(5.C]

—_— — o

0-OE]
0-0D]
0-0C]
0-0B]

IF gorbe:

Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
2 modszer van. A kiillonb6z8 gorbetipusokkal
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd:

"10.5.2 2 pontos gorbe" [» 148] és

"10.5.3 Gorbeeltolasos gorbe" [» 149]. Mindkét
gorbetipus esetében 4 helyszini bedllitast kell
konfigurdlni az aldbbi dbran lathatd maodon.

ToHw
[0-0C] ——

[0-0B]

[0-0E] pop]  'Tla

= Touw: A kivant tartdlyhémérséklet.

= T,: Az (atlagolt) kiilsé h6mérséklet

= [0-0E]: alacsony kilsé hémérséklet: —40°C~5°C
= [0-0D]: magas kiilsé hémérséklet: 10°C~25°C

[0-0C]: a kivant tartalyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet az alacsony kilsé hémérséklet ala
csokken vagy azzal egyenld: 45°C~[6-0E]°C

[0-0B]: a kivant tartalyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet a magas kils6é hémérséklet folé
emelkedik vagy azzal egyenl&: 35°C~[6-0E]°C

Kiilonbség

Hasznalati meleg viz Uzemmoddban az aldbbi hiszterézisérték allithatd be a

h&szivattyd mdkodtetéséhez:

#

Kod

Leiras

[5.D] [6-01]

A hészivattyd KI hémérsékletét meghatdrozé
hémérséklet-kilonbség.

Tartomany: 0°C~10°C

Példa: célhémérséklet (T, )>maximalis hdszivattyu-hémérséklet—[6-01] (T p ya—

[6-01])
Tonw
Ty=Tsun orr 60
Thp max 50 T6:01] \\ /’
T orr 48 ¥ i6:00] /
HP ON
40 |
30
20 | T, = 60°C
HP BUH | THemax= S0°C g
10 | [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
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BUH
HP

TBUH OFF
THP MAX

The orr
The on
Tonw
Ty

t

Kiegészité fitSelem

Hdszivattyd. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hdszivattyu felflitse a rendszert, a
kiegészitd flit6elem rasegithet a melegitésre

A kiegészit6 f(it6elem kikapcsolasi hémérséklete (T,)

A hasznalatimelegviz-tartdlyban lévé érzékelGével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet

A hészivattyu kikapcsoldsi hémérséklete (T, ya—[6-01])

A hészivattyu bekapcsoldsi hémérséklete (T, or—[6-00])

Hasznalati meleg viz h6mérséklete

Felhasznald éltal (a felhaszndldi feltleten) beallitott célhémérséklet

|d6

Példa: célhémérséklet (T, )<maximalis hdszivattyd-hémérséklet—[6-01] (T,p ya—

[6-01])
TDHW
T ax 50
TU=THP ore®® I [6-00]
THPON43
40
30 1
20 1
HP
10 1
5 >
t
HP HG&szivattyu. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hészivattyu felf(itse a rendszert, a
kiegészitd flit6elem rasegithet a melegitésre
Twpmax A haszndlatimelegviz-tartalyban |évé érzékelével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet
Tweorr A h8szivattyd kikapcsoldsi hémérséklete (T, p yax—[6-01])
Turon A hOszivattyl bekapcsolasi h6mérséklete (T, or—[6-00])
Toww Haszndlati meleg viz h6mérséklete
T, Felhaszndld dltal (a felhasznaldi fellleten) bedllitott célhEmérséklet
t Id6

INFORMACIO

A maximalis hdszivattyd-hémérséklet a kils6 hémérséklettdl
informacidkért lasd a mikodési tartomanyt.

i @

fligg. Tovabbi

IF gorbe tipusa

Az id6jarasfliggs gorbék meghatdrozdsdra 2 modszer alkalmazhaté:
= 2 pont (lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 148])

= GOrbeeltolas (lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [» 149])

A [2.E] IF gorbe tipusa terlleten vdlassza ki, melyik médszert szeretné
alkalmazni.
Az [5.E] IF gbrbe tipusa terileten csak olvashaté modban megjelenik a
kivalasztott mddszer (a [2.E] terlileten megadottal megegyezs érték).

# Kéd Leiras
[2.E]/ [5.E] N/A = 0:2 pont

= 1: GOrbeeltolas

10.6.7 Felhasznaldi bedllitasok
Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:

Szerel6i referencia-Utmutato
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;mmms [7] Felhaszndldéi bedllitasok
R [7.1] Nyelv
O Felhasznaloi beallitasok
@Informécié [72] Id(')'/da'tum
X Szerel6i beallitasok
[7.3] Szabadsag
[7.4] Csendes
[7.5] Elektromos aram ara
[7.6] Gaz ara
Nyelv
# Koéd Leiras
[7.1] N/A Nyelv
Id6/datum
# Kéd Leiras
[7.2] N/A A helyi id6 és datum beallitasa
. INFORMACIO
l Alapértelmezés szerint a nyari id6szamitds engedélyezett, és a rendszer 24 oras
id6formatumot hasznal. Ezek a beallitasok a kezdeti konfiguralds soran vagy a
kovetkez6 meniben moddosithatok: [7.2]: Felhasznaléi bedllitasok > Id6/
datum.
Sziinnap
A szabadsag lizemmadd bemutatasa
Szabadsaga alatt a mindennapi programok mddositdsa nélkil térhet el azoktdl.
Amig a szinnap Gzemmod aktiv, a térflités/-h(ités Gzemmddot és a hasznalati
meleg viz Gzemmddot a rendszer kikapcsolja. A szobai fagyvédelem, a vizcsé
befagyasanak megel6zése és a fertétlenitési Gzemmad aktiv marad.
Jellemz6 munkafolyamat
A sziinnap Uzemmodd alkalmazasa jellemz&en a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Aszlnnap Gzemmad aktivaldsa.
2 Aszinnapok kezdd és befejezd napjanak bedllitasa.
Annak ellendrzése, hogy a szabadsag lizemmaod aktiv-e és/vagy miikodésben
van-e
Haa ikon megjelenik a kezd6képernyén, a sziinnap Gzemmaod aktiv.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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A sziinnapok beallitasa

1 | Aktivalja a sziinnap Gzemmaodot. —

= Lépjen a [7.3.1] pontra: Felhaszndaléi beallitasok > QO
Szabadsag > Aktivalas.

7.3.1

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

= Valassza ki a Be lehet6séget. @O

2 | Allitsa be a sziinnapok elsé napjat. —

= Lépjen a [7.3.2] pontra: Ekkortdl:. @s-O
= Vdlassza ki a napot. ©---0

O3
= Erésitse meg a valtoztatdsokat. QO

3 |Allitsa be a sziinnapok utolsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.3] pontra: Eddig:. Qs -O
= Valassza ki a napot. @0
= Er@sitse meg a valtoztatdsokat. Q-0
Csendes
A csendes lizemmadd bemutatdsa
Csendes Gzemmaodban a kiltéri egység kisebb hangerével mikodik. Ez ugyanakkor
csokkenti a rendszer f(it6/h(it6 teljesitményét is. A csendes lizemmad tobb szinttel
rendelkezik.
A szerel6 altal elvégezhetd miveletek:
= A csendes Gzemmod teljes kikapcsolasa
= A csendes Uzemmaod egy szintjének manualis bekapcsoldsa
= A csendes Gzemmodd Utemezése programozadsanak engedélyezése a felhasznald
szamara
Ha a szerel6 engedélyezte, a felhasznald programozhatja a csendes (zemmod
Utemezését.
. INFORMACIO
l Ha a kaltéri hémérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint hasznalata NEM
ajanlott.
Annak ellenérzése, hogy a csendes iizemmad aktiv-e
Ha a {® ikon lathaté a kezd6képernydn, a csendes izemmaod aktiv.
A csendes lizemmad haszndlata
1 |Lépjena[7.4.1] pontra: Felhaszndldéi bedllitasok > Q-0
Csendes > Uzemmdd.
EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 |Tegye a kdvetkez6k egyikét: —

Ha ezt szeretné...

Akkor...

A csendes Gzemmod teljes
kikapcsoldsa

Vdlassza ki a Ki lehet&séget. Q-0

Eredmény: Az egység soha nem fut
csendes Gzemmaodban. A
felhasznald ezt nem maddosithatja.

A csendes Gzemmod egy
szintjének manualis
bekapcsoldsa

Vdlassza ki a Kézi lehet6séget. Q-0

Lépjen a [7.4.3] Szint teriletre, és e
valassza ki a csendes Gzemmaod
alkalmazni kivant szintjét. Példa:
Legcsendesebb.

Eredmény: Az egység mindig a
kivalasztott csendes izemmdd
szintjén fut. A felhasznald ezt nem
modosithatja.

A csendes izemmdd
Utemezése programozasanak
engedélyezése a felhasznald
szamara

Vélassza ki a Automatikus 1Qs:-O
lehet&séget.

Eredmény: Az egység az Utemezés
szerint fut csendes Gzemmaddban. A
felhasznald (vagy On)
programozhatja az Utemezést a
[7.4.2] Program bedllitasban.
Tovabbi informacidk a
programozassal kapcsolatban:
"10.4.3 Programozas képerny6:
Példa" [» 141].

Aram- és gazarak

Kizarolag a bivalens funkcidval egyltt alkalmazhaté. Ladsd még: "Bivalens" [» 216].

# Kéd Leiras
[7.5.1] N/A Elektromos aram ara>Magas
[7.5.2] N/A Elektromos aram ara>Kozepes
[7.5.3] N/A Elektromos aram ara>Alacsony
[7.6] N/A Gaz ara
. INFORMACIO
l Az elektromos aram dra csak akkor adhaté meg, ha a bivalens mikodés BE van

kapcsolva ([9.C.1] vagy [C-02]). Ezeket az értékeket csak a [7.5.1], [7.5.2] és [7.5.3]
menuszerkezetben lehet megadni. NE hasznalja a beallitasok attekintését.

A gazar beallitasa

1 |Lépjena [7.6] pontra: Felhasznaldéi beallitasok > Gaz (Qec-O
ara.
2 | Valassza ki a gaz megfelel§ arat. @0
3 | Erdsitse meg a valtoztatasokat. Q-0
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EBLA04~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

Az elektromos aram aranak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: Felhaszndloéi Q4O
bedllitdsok > Elektromos aram ara>Magas/
K6zepes/Alacsony.

2 | Valassza ki az dram megfelel§ arat. @0
Er6sitse meg a véltoztatdsokat. Q-0

4 |Ismételje meg ezt a Iépést mindharom dramdij esetében.

INFORMACIO

figyelembe a rendszer.

[ ]

l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

. INFORMACIO

l Ha nincs program beadllitva, az Magas Elektromos aram ara arat veszi

Az elektromos aram ara id6szabalyozéjanak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.4] pontra: Felhaszndaldi bedallitasok >
Elektromos aram ara>Program.

QO

2 | Avdlasztott bedllitast a Program képernydn programozhatja be.
A Magas, Kbozepes és Alacsony dramdijakat az
aramszolgaltatdja dijszabasanak megfeleléen adhatja meg.

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat.

INFORMACIO

figyelembe a rendszer.

°
l Az értékek az el6zbleg bedllitott Magas, Kbzepes és Alacsony dramdijaknak
felelnek meg. Ha nincs program bedllitva, a Magas elektromos dram arat veszi

Energiadrak a megujulo energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé 6szténz6 figyelembe

vételével

Az energiadrak beadllitasakor figyelembe vehet§ egy 6sztonzé hasznalata. Bar a
muakodtetés koltsége novekedhet, a teljes Uzemeltetési koltség a visszatérités

figyelembe vételével optimalizalhatd.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el médositani az energiaarakat az 6sztonzési id6szak végén.

A gazar beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé

06sztonz6 figyelembe vételével
A gaz dranak dsszegét a kovetkez6 képlettel szamolhatja ki:
= Tényleges gazar+(6sztonz6/kWhx0,9)

A gazar bedllitdsanak eljarasdért lasd: "A gazar beallitdsa" [» 192].

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Példa

10.6.8 Informacio

Az elektromos aram aranak beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé
haszndalatara vonatkozé 6sztonzé figyelembe vételével

Az dramdij 0sszegét a kovetkezd képlettel szamolhatja ki:

= Elektromos aram tényleges ara+6sztonz6/kWh

Az dramdij bedllitdsanak eljarasdért lasd: "Az elektromos &ram dranak

beallitasa" [» 193].

A jelen példaban hasznalt arak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat Ar/kwh
Géz ara 4,08
Elektromos aram ara 12,49
Megujuld hé dsztonzbje kWh-anként 5

A gaz aranak kiszamitasa

Gaz dra=tényleges gazar+(0sztonz6/kwWhx0,9)

Gaz ara=4,08+(5x0,9)
Gaz ara=8,58

Az elektromos aram aranak kiszamitasa

Elektromos dram ara=elektromos aram tényleges ara+oszténz6/kWh

Elektromos dram ara=12,49+5

Elektromos dram ara=17,49

Ar

Géz: 4,08 /kWh

6]=8

Elektromos aram: 12,49 /kWh

Erték a navigacios elemben
[7.
(

7.5.1]=17

Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

8
(3 Tartaly
O Felhasznalsi beallitasok

@ Informécié

X szerelsi beallitasok

B Beiizemelés

[8] Informaciod

[8.1] Energiaadatok

[8.2] Hibael6zmények

[8.3] Forgalmazoval kapcsolatos
informaciok

[8.4] Erzékelsk

[8.5] Mlikodtets egységek
[8.6] Uzemmddok

[8.7] Névjegy

[8.8] Csatlakozas allapota
[8.9] Uzemid6

[8.A] Visszadallitas

SzerelGi referencia-Utmutato
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Forgalmazoéval kapcsolatos informacidk
A szerel6 ide beillesztheti a kapcsolatfelvételi adatait.
# Kéd Leiras

[8.3] N/A Problémak esetén a felhasznalok altal hivhato
telefonszamok.

Visszaallitas
Allitsa vissza az MMI-ben (a tartozékként mellékelt felhasznaldi feliileten) tarolt
konfiguracids bedllitdsokat.

Példa: Energiamérés, szinnapbeallitasok.

INFORMACIO

o
l Ez nem allitja vissza a kultéri egység hidromoduljanak konfigurdcids bedllitasait és
helyszini beallitasait.

# Kéd Leiras
[8.A] N/A Az MMI EEPROM
visszaallitdsa a gyari
értékre

Lehetséges leolvashaté informaciok

A kovetkez6 meniiben: Ezt olvashatja le...

[8.1] Energiaadatok ElGallitott energia, dramfogyasztas,
felhasznalt gaz

[8.2] Hibael6zmények Hibael6zmények

[8.3] Forgalmazdval kapcsolatos |Kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat szama

informaciodk

[8.4] Erzékelsk Szobahémérséklet, kiils6 hEmérséklet,
kilép& vizhémérséklet...

[8.5] Mlikodtetd egységek Minden mUkodtetd egység allapota/
Gzemmaddja
Példa: Az egység szivattyljanak BE-/
Klkapcsoldsa

[8.6] Uzemmédok Aktuadlis lzemmoad
Példa: Jégmentesités/olaj visszahordas
Gzemmad

[8.7] Névjegy A rendszer verzidinformacioi

[8.8] Csatlakozas allapota Az egység, a szobatermosztat és a
WLAN kapcsolédasi allapotaval
kapcsolatos informaciok.

[8.9] Uzemid6 Adott rendszerdsszetevék Uzemideje

10.6.9 SzerelGi bedllitasok
Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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9

[9] Szereldi bedllitasok

O Felhasznaléi beallitasok

%"::fj;beﬁmk [9.1] Beallitas varazslé
8 Betzemelss [9.2] Hasznalati meleg viz

8 Felhasznalsi profil

[9.3] Kiegészit6 filitGelem

[9.4] Segédfiitbelem

[9.5] Vésziizem

[9.6] Nyomaskiegyenlits

[9.7]Vizcs6 befagyasanak megelbzése
[9.8] Kedvezményes elektromos aram
[9.9] Energiafogyasztas-vezérlo

[9.A] Energiamérés

[9.B] Erzékeldk

[9.C] Bivalens

[9.D] Riasztas kimenete

[9.E] Automatikus uUjrainditas

[9.F] Energiatakarékos funkciod

[9.G] Védelmek letiltasa

[9.H] Kényszeritett jégmentesités
[9.]] Helyszini bedllitdsok attekintése
[9.N]MMI-beallitasok exportalasa
[9.P] Kétzbnas készlet

Konfiguralas varazslo

A rendszer els6 BEKAPCSOLASAT kovetSen a felhasznaldi felilet végigvezeti a
konfiguralas varazslon. gy megadhatja a legfontosabb induld bedllitdsokat. Ennek
kdszonhetSen az egység megfelelSen Uzemeltethet lesz. Késébb sziikség szerint a
menuszerkezet haszndlatdval adhatja majd meg a részletes bedllitasokat.

A konfigurdlds varazsld Ujrainditdsdhoz lépjen az Szereléi bedllitasok >
Beallitds varazsld [9.1] menlUpontra.
Hasznalati meleg viz

Ez a rész csak olyan rendszerekre vonatkozik, amelyekbe opciondlis
hasznalatimelegviz-tartdly van beszerelve.

Hasznalati meleg viz

Az aldbbi bedllitas hatdrozza meg, hogy a rendszer készithet-e hasznalati meleg
vizet, és hogy melyik tartalyt hasznalja. Ezt a bedllitast a ténylegesen beszerelt
rendszernek megfelel6en adja meg.
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# Kéd Leiras
[9.2.1] [E-05]@ = Nincs HMV
[E-06]® Nincs tartaly beszerelve.
[E-07]® * EKHWS/E, kis mennyiség

3.

3.

Tartdly az oldaldra felszerelt segédfiitéelemmel,
150 | vagy 180 | térfogattal.

EKHWS/E, nagy mennyiség

Tartaly az oldaldra felszerelt segédftitéelemmel,
2001, 250 I vagy 300 | térfogattal.

EKHWP /HYC

Tartdly a tartdly tetejére felszerelt opciondlis
segédflitéelemmel.

fél altal gyartott,
spiral

kis méreti

Kils§ gyartotdl szarmazod tartdly 1,05 m2-nél
nagyobb tekercsmérettel.

fél altal gyartott,
spiral

nagy méretd

Kilsd gyartotdl szarmazod tartaly 1,80 m2-nél
nagyobb tekercsmérettel.

@ Haszndlja a meniszerkezetet a bedllitasok attekintése helyett. A meniszerkezet beédllitasa
[9.2.1] lecseréli a kovetkezd 3 bedllitas-attekintést:
* [E-O5]: Képes a rendszer hasznalati meleg vizet késziteni?
* [E-06]: Van hasznalatimelegviz-tartdly felszerelve a rendszerben?
e [E-07]: Milyen hasznalatimelegviz-tartaly van felszerelve?

EKHWP esetén a kovetkez6 bedllitdsokat javasoljuk:

# Kod Elem EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Tartalytipus 5: EKHWP /HYC
N/A [4-05] Hémérséklet- 0: Automatikus

érzékeld tipusa
[5.8] [6-0E] Maximalis <70°C
tartalyhémérséklet

EKHWS*D* / EKHWS

U*D* esetén a kovet

kezd beallitast javasoljuk:

# Kéd Elem EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Tartalytipus 0: EKHWS/E, kis |3: EKHWS/E,
mennyiség nagy mennyiség
N/A [4-05] Hémérséklet- 0: Automatikus
érzékel6 tipusa
[5.8] [6-0E] Maximalis <60°C <75°C

tartalyhémérséklet

Kuls§ gyartdtdl szarmazd tartaly esetén az aldbbi beallitdsok hasznélatat javasoljuk:

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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# Kod

Elem

Kiils6 gyartotdl szarmazé tartaly

Tekercs>1,05 m?

Tekercs>1,8 m?

[9.2.1] |[E-07]

Tartalytipus

7:3. fél 3altal
gyartott, kis
méretl spirdl

8:3. fél altal
gyartott, nagy
méretl spiral

N/A [4-05] Hémérséklet- 0: Automatikus
érzékeld tipusa
[5.8] [6-0E] Maximalis <60°C <75°C

tartalyhémérséklet

HMV-szivattyu

# Kod Leiras
[9.2.2] [D-02]

HMV-szivattyu:
= 0:Nincs HMV-szivattyu: NINCS beszerelve

= 1: Azonnali meleg viz: Beszerelve csapbdl
engedhetd azonnali meleg vizhez. A felhasznald
allitta  be a  hasznalatimelegviz-szivattyu
mukodésének id6zitését a program
segitségével. A szivattyl  vezérlése a
tavirdnyiton keresztil lehetséges.

=2 Fert6tlenités: Beszerelve

fert6tlenitéshez. Akkor mdikodik, amikor a
hasznalatimelegviz-tartdly fert6tlenitési
funkcidja  fut. Nem  szlkséges tovabbi
bedllitdsok megadasa.

= 3 Keringetés: Beszerelve a tartaly
elémelegitéséhez. Kiegészitd fltdelem nélkili
rendszerek esetén szlkséges. A hasznalati
melegviz-tartaly el6melegitése soran mukodik.
Nem szikséges tovabbi bedllitadsok megadasa.

= 4 Keringetés és fert6tlenités: A2. és
a 3. kombindcidja. Akkor m(ikodik, amikor a
hasznalati melegviz-tartaly fert6tlenitési
funkcidja fut, vagy a hasznalati melegviz-tartaly
el6melegitése soran. Nem szikséges tovabbi
bedllitdsok megadasa.

Lasd még:

= "6.4.4 HMV-szivattyu azonnali meleg vizhez" [» 47]

= "6.4.5 HMV-szivattyu fert6tlenitéshez" [» 48]

= "6.4.6 HMV-szivattyu a tartdly el6melegitéséhez" [» 48]

HMV-szivattyu program

Adjon meg egy programot a HMV-szivattyU szabalyzadsara (kizarélag a masodlagos
vizkorhoz felszerelt haszndlati melegviz-szivattyu esetén).

Program létrehozasa a hasznalatimelegviz-szivattyuhoz, ami meghatarozza, hogy
a szivattyu mikor kapcsoljon ki vagy be.

A bekapcsolt szivattyd folyamatosan mdkodik, barmikor eresztheté meleg viz a
csapbodl. Az energiatakarékossdg érdekében csak akkor legyen bekapcsolva a
szivattyu napkozben, amikor feltétlenll sziikség van azonnali meleg vizre.
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Kiegészitd flitGelem

A kiegészitd fltSelem tipusan kivil a felhasznaloi fellleten konfiguralni kell az
aramerG@sséget, a beallitasokat és a teljesitményt is.

A kiegészité fltbelem kulonbozd fokozatainak teljesitményét meg kell adni az

energiamérés és/vagy az energiafogyasztas funkcio helyes mikodése érdekében.

Az egyes flit6elemek ellendlldsértékének mérésekor beadllithatjia a pontos

ft6teljesitményt, ami pontosabb energiaadatokat eredményez.

Kiegészitod flitéelem tipusa

= Beépitett kiegészit§ flit6elemmel rendelkez6 modellek esetén a beallitds
rogzitett értéke: 3V.

= Mas modellek esetén a lehetséges értékek Nincs fltbegység vagy Kiilsd
fltoegység (ha az opciondlis kils6 kiegészits fitGelem be lett szerelve).

# Kod Leiras

[9.3.1] [E-03]

= 0:Nincs flitGegység
= 1:Klils6 flitGegység
= 2:3V

Fesziiltség
= A 3V-o0s modellnél a bedllitas rogzitett értéke 230 V, 1ph.

= Az opcionalis kilsé kiegészit6 f(it6elem lehetséges beallitdsai: 230 V, 1ph vagy
400 V, 3ph.

# Kod Leiras
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1ph
= 2:400 V, 3ph

Beallitas
A kiegészitd flitéelem kilonbdz6 mdédokon konfigurdlhatd. Valaszthat 1 fokozatu
kiegészit6 fdt6elem vagy 2 fokozatu kiegészité flt6elem hasznalata kozt. 2 fokozat

esetén a masodik fokozat kapacitdsa ettél a bedllitastdl figg. Az is kivalaszthatd,
hogy a masodik fokozat kapacitdsa vészhelyzet esetén magasabb legyen.

= 3V modell esetén ez a bedllitds az 1. relére van rogzitve.

= Az opcionalis kilsé kiegészité flit6elem bedllitasai az alabbiak lehetnek:
# Kéd Leiras

[9.3.3] [4-0A] = 0:Relé 1

1: Relé 1/ Relé 1+2

2:Relé1/Relé?2

3:Relé 1 /Relé 2 Vésziizemrelé 1+2

INFORMACIO

A [9.3.3] és [9.3.5] beallitasok kapcsolodnak egymashoz. Az egyik mddositasa hatassal
van a masikra. Ha médositja az egyiket, ellenérizze, hogy a masik tovabbra is Ugy van-
e, ahogy szeretné.

i @

INFORMACIO

Normal Gzemmoddban a kiegészité flitéelem masodik fokozatanak teljesitménye
névleges fesziiltségen: [6-03]+[6-04].

i @
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i @

INFORMACIO

Ha [4-0A]=3, és a szikséghelyzeti mdd aktiv, a kiegészitd flitéelem dramfelvétele
maximalis, és az értéke 2x[6-03]+[6-04].

Teljesitmény — 1. fokozat

# Kéd Leirds
[9.3.4] [6-03] = A kiegészitd flit6elem elsé fokozatanak

teljesitménye névleges feszlltségen.

Kiegészito teljesitmény — 2. fokozat

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha a kils6é kiegészité fltSelem be lett

szerelve.
# Kéd Leirdas
[9.3.5] [6-04] = A kiegészit6 flt6elem elsé és masodik fokozata
kozotti  teljesitménykilonbségek  névleges
feszlltségen. A névleges érték a kiegészitd
flt6elem konfiguradlasatdl flgg.
Egyensuly
# Kéd Leirds
[9.3.6] [5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészité fit6elemet
(vagy bivalens rendszer esetén a kuilsé tartalék
héforrast) az egyensulyi h6mérséklet felett a
térflitéshez?
= 0: Nem
= 1: Igen
[9.3.7] [5-01] Egyensulyi homérséklet: Kultéri
hémérséklet, amely alatt a kiegészit6 fitéelem
(vagy bivalens rendszer esetén a kuilsé tartalék
héforras) mikodése engedélyezett.
Tartomany: —15°C~35°C

i @

INFORMACIO

Akkor alkalmazhato, ha [5-00]=1:

10°C kils6 hémeérséklet folott a hdszivattyu 55°C-ig fog miikodni. Ha ennél magasabb

célhémérsékletet allit be

egyensulyi hémérsékletnél, megakadalyozza, hogy besegitsen a kiegészitd flitGelem.
A kiegészitd flit6elem CSAK akkor segit be, ha megnoveli az egyensulyi hémérsékletet
[5-01] a magasabb célhémérséklet eléréséhez sziikséges kilsé hémérsékletre.

olyan kilsé hémérséklethez, amely magasabb a beallitott

Uzemeltetés

# Kéd Leiras
[9.3.8] [4-00] Kiegészitd fitbelem miikodése:

= 0: Korlatozott

= 1: Engedélyezett

= 2: Csak HMV: A kiegészité fit6elem mikodése
a hasznalati meleg viz esetében engedélyezve
van, térf(ités esetén pedig le van tiltva.
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Segédfiitéelem

INFORMACIO

Ha a hasznalati meleg vizet a hdszivattyd tdl lassan f(ti fel, az befolyasolhatja a
térfltési/hitési kor kényelmes mikodtetését. Ebben az esetben a [4-00]=1 vagy 2
értékre allitasaval engedélyezze, hogy a kiegészité flitéelem besegitsen a HMV-
Uzemmadban.

i @

Teljesitmény / Segédfiitéelem teljesitménye

Minden segédfiitéelem teljesitményét meg kell adni az energiamérés és/vagy az
energiafogyasztas-vezérld helyes milkodése érdekében. A segédfiitéelem
ellenallasértékének mérésekor beadllithatja a pontos flt6teljesitményt, ami
pontosabb energiaadatokat eredményez.

# Kéd Leiras
[9.4.1] [6-02] Teljesitmény /Segédfiitéelem
teljesitménye [kW]. Kizdrdlag belsd
segédfiitéelemmel rendelkezd
hasznalatimelegviz-tartalyra vonatkozik. A
segédflitGelem teljesitménye névleges
feszlltségen.

Tartomany: 0~10 kW

BSH engedélyezési program

Annak programozasa, hogy a segédf(itéelem mikor lépjen miikodésbe. A program
képernyén bedllithatja a segédflitéelem programozasat. Naponta két mdvelet
engedélyezett a heti programban. Tovabbi informacid: "10.4.3 Programozas
képernyd: Példa" [» 141].

Példa: Annak beadllitasa, hogy a segédflitéelem csak éjszaka lizemelhessen.
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Segédflitéelem gazdasagos ido6zitdje

# Kod Leiras

[9.4.3] [8-03] Segédfiitéelem késleltetési id6zitbje.

A segédflitéelem inditasi késleltetésének ideje,

ha a hasznalati meleg viz Gzemmad aktiv.

* Ha a haszndlati meleg viz Glzemmadd NEM aktiv,
a késleltetési id6 20 perc.

= A késleltetési id6 a segédflitéelem BE
hémérsékletének elérésekor indul.

= A segédfiitGelem késleltetési idejének a
maximalis mUkodési idéhoz torténd
hangoldsaval optimalis egyensuly teremtheté
az energiahatékonysag és a felf(itési id6 kozott.

* Ha a segédflitGelem késleltetési ideje tul nagy,
akkor hosszu id6be telhet, hogy a hasznalati
meleg viz elérje a célhEmérsékletet.

= A [8-03]  Dbedllitésnak csak akkor van
jelent6sége, ha a [4-03]=1. A [4-03]=0/2/3/4
bedllitds  hasznalativiz-melegitési  maddban
automatikusan korlatozza a segédflitéelemet a
h&szivattyu Gzemideje alapjan.

= Ugyeljen arra, hogy a [8-03] beallitas
Osszhangban legyen a maximalis muikodési
idével [8-01].

Tartomany: 20~95 perc

Uzemeltetés
# Kéd Leirds
[9.4.4] [4-03] Meghatdrozza a segédflitéelem miikodésének

jogosultsagat a kornyezeti h6mérséklet, a

hasznalati meleg viz hGmérséklete, illetve a

hdszivattyu Gzemmadja fliggvényében. Ez a

bedllitds csak Ujramelegitési Gzemmaodban, kilon

hasznalatimelegviz-tartalyt hasznald hasznalati

modok esetén alkalmazhaté. Ha a

[4-03]=1/2/3/4, akkor a segédfiitGelem

mUikodését a segédflitéelem engedélyezési

id6szabdlyozdja tovabbra is korlatozhatja.

[9.4.4] [4-03] = 0 Korlatozott: A segédflitéelem mikodése
NEM engedélyezett, kivéve "Fert6tlenitési
funkcié" és "Nagy teljesitmény( hasznalativiz-
melegités" esetén.

Ezt a bedllitds csak akkor haszndlja, ha a
h&szivattyu kapacitdsa a teljes flitési szezonban
fedezni tudja a fltési és a hasznalati meleg viz
h&igényét.
A segédflitéelem nem engedélyezett, ha
T,<[5-03] és [5-02=1]. A haszndlati meleg viz
hémérséklete legfeljebb a hdszivattyd KiI
hémérséklete lehet.
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Leiras

[9.4.4] [4-03]

=1 Engedélyezett: A  segédfiitéelem
mUkodése szlikség esetén engedélyezett.

[9.4.4] [4-03]

= 2 Atfedés: A segédfiitéelem m(ikodése a
hdszivattyl haszndlativiz-melegitési mikddési
tartomanyan kivil is engedélyezett.

A segédflitéelem mdlkodése kizardlag a
kovetkez§ esetekben engedélyezett:

- A kornyezeti hémérséklet a mukodési
tartomanyon  kivdl van: T,<[5-03] vagy
T,>35°C

A segédflitéelem mikodése csak akkor
engedélyezett T,<[5-03] esetén, ha a térf(ités
els6bbsége van bekapcsolva ([5-02]=1).

- A haszndlati meleg viz hémérséklete 2°C-kal
alacsonyabb, mint a hdszivattyd Kl
hémérséklete.

Ha a bivalens mikodés engedélyezett ([C-02]=1),
és a rasegitd vizmelegit6 engedélyezési jel BE
allapotu, a segédflitéelem T,<[5-03] allapotban is
korlatozott.

9.4.4 [4-03]

= 3 Kompresszor ki: A segédf(itéelem
mUikoddése abban az esetben engedélyezett, ha
a hészivattyl NEM aktiv hasznalativiz-melegités
kdzben.

Megegyezik a 1. bedllitdssal, de a
hdszivattyl hasznalatimelegviz-izeme és a
segédflitéelem egyszerre torténd mukodése
nem engedélyezett.

9.4.4 [4-03]

= 4 Csak legionella: A segédf(itéelem
mikodése  NEM  engedélyezett,  kivéve
"Fert6tlenitési funkcid" esetén.

Ezt a bedllitds csak akkor haszndlja, ha a
h@szivattyu kapacitdsa a teljes f(itési szezonban
fedezni tudja a f(itési és a haszndlati meleg viz
hdigényét.

A segédflitéelem nem engedélyezett, ha
T,<[5-03] és [5-02=1]. A hasznalati meleg viz
hémérséklete legfeljebb a hdszivattyd Kl
hé&mérséklete lehet.

Vésziizem

Vésziizem

Amikor a hészivattylk nem m(kodnek, a kiegészité flitGelem és/vagy a
segédflitéelem szolgalhat szlkséghelyzeti flitGegységként, amely automatikusan
vagy felhasznaldi beavatkozasra atveszi a héterhelést.

= Ha az Vésziizem bedllitdsa Automatikus, és a hdszivattyl meghibdsodik, a
kiegészit6 flit6elem automatikusan atveszi a héterhelést, és az opcionalis tartaly
segédfltéeleme atveszi a hasznalati meleg viz el8allitasat.
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= Ha az Vészlizem értéke Kézi, és a hészivattyl meghibasodik, a hasznalati meleg

viz el6allitasa és a térflités leall.

A m(ikodés felhasznaloi fellleten keresztll torténd manudlis visszaallitasahoz
[épjen a Meghibdsodas fémenl képerny8jére, és erdsitse meg, hogy a
kiegészit6 f(itGelem és/vagy a segédflitéelem atveheti-e a héterhelést vagy sem.

Ha az Vésziizem beédllitasa:

- auto. TH csokkentve/HMV be, a térflités mértéke csokkentett, de a
hasznalati meleg viz igy is elérhetd.

- auto. TH csokkentve/HMV ki, a térflités mértéke csokkentett, és a
hasznalati meleg viz NEM érhetd el.

- auto. TH normdlis/HMV ki, a térf(ités normal modon mikodik, de a
hasznalati meleg viz NEM érhetd el.

A Kézi modhoz hasonldan az egység a teljes terhelést képes kezelni a kiegészit6
fit6elemmel és/vagy a segédfiitéelemmel, ha a felhaszndlé aktivdlja ezt a
lehet&séget a Meghibasodas fémeni képernydjén.

Ha a hazban hosszabb ideig nem tartézkodik senki, az Vésziizem beallitast ajanlott
auto. TH csOokkentve/HMV ki értékre allitani az aramfogyasztds
minimalizalasa érdekében.

# Kod Leiras

[9.5.1] [4-06] = 0:Kézi

= 1: Automatikus

= 2:auto. TH csokkentve/HMV be
= 3:auto. TH csokkentve/HMV ki
= 4:auto. TH normdalis/HMV ki

INFORMACIO

Az automatikus szlikséghelyzeti mUikodés beadllitasa csak a felhasznaldi felilet
mendiszerkezetében allithatd be.

i @

INFORMACIO

Ha hdészivattydhiba jelentkezik, és az Vészlizem beallitdsa Kézi, az aldbbi funkciok
akkor is aktivak maradnak, ha a felhasznald NEM erdsiti meg a szlikséghelyzeti
Uzemet:

i @

— Szobai fagyvédelem
— Padlofiitéses betonszaritas
— Vizes6 befagydsanak megel6zése

A fertGtlenitési funkcid azonban CSAK akkor aktivalédik, ha a felhasznald megerdsiti a
szlikséghelyzeti Gzemet a felhasznaldi feltilet hasznalataval.

Kompresszor kényszerkikapcsolasa

A Kompresszor kényszerkikapcsolasa maod aktivalhatd, hogy a kiegészitd
flt6elem csak hasznalati meleg vizet és térfltést biztosithasson. Ha ez a madd
aktivélva van:

= A h@szivattyus lGzemeltetés NEM lehetséges
= A h(tés NEM lehetséges
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# Kod Leiras

[9.5.2] [7-06] A Kompresszor kényszerkikapcsolasa
mod aktivaldsa:

= 0: letiltva

= 1: engedélyezve

Glikollal toltott rendszer

Glikollal feltoltott rendszer

A szerel§ ezzel a bedllitdssal jelezheti, hogy a rendszer vizzel vagy glikollal van-e
feltoltve. Glikol haszndlata esetén fontos a vizkoér befagyds elleni védelme. Ha NEM
megfelel6en van bedllitva, a csdvekben megfagyhat a folyadék.

# Kéd Leiras
N/A [E-0D] Glikollal feltoltott rendszer:A
rendszer glikollal van feltéltve?
= 0: Nem
= 1:Igen

MEGJEGYZES
Ha glikolt ad a vizhez, dramldskapcsoldt (EKFLSW?2) is be kell szerelnie.

Nyomadskiegyenlit6

Els6bbségek

Kilon hasznalatimelegviz-tartallyal elldtott rendszereknél.

# Kéd Leiras
[9.6.1] [5-02] Térfiités elsObbsége: Azt hatarozza meg,
hogy a hasznalati meleg vizet csak a
segédflitéelem hozza-e létre, amikor a kiltéri

hémérséklet a térflités prioritasi h6mérséklete
ala esik.

= 0: Ki (alapértelmezés)
= 1: Be

Kérjik, NE modositsa az alapértelmezett
értéket.

Az [5-01] Egyensulyi h6mérséklet és [5-03]
Térf(ités els6bbségi hémérséklete a kiegészité
flt6elemhez kapcsolddik. Az [5-03]
hémeérsékletét ezért az [5-01] értékével
megegyezGre vagy par fokkal magasabbra kell
allitania.

[9.6.2] [5-03] ElsGbbségi hémérséklet: Meghatarozza
azt a kltéri hémérsékletet, amely alatt a

hasznalati meleg vizet kizadrdlag a
segédftéelem melegiti.

Kérjik, NE mddositsa az alapértelmezett
értéket.

Tartomany: —15°C~35°C
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Leiras
Eltolas BSH célh6mérséklet: A
hasznalati meleg viz célhémérséklet-
korrekcioja: a haszndlati meleg viz
célhémérsékletének korrekcidja, amely
alacsony kultéri hémérséklet esetén lép
érvénybe, ha a térf(ités els6bbsége funkcid
engedélyezett. A korrigalt (magasabb)
célhémérséklet biztositja, hogy a tartalyban
[évé viz teljes hételjesitménye nagyjabdl
allandé maradjon, kompenzaélva a tartaly aljan
|évé hidegebb vizet (mivel a hécserél spirdl
nem melegit) egy melegebb felsd réteggel.

Tartomany: 0°C~20°C

[9.6.3] [5-04]

Id6kapcsoldk

Olyan kérésekhez, amelyek egyidejlileg a térf(itési és a hasznalatimelegviz-készitési
Uzemmadra is vonatkoznak.

[8-02]: Ciklusok kozotti idé

3
o
t

[8-01] [8-02]

1 Hészivattyls hasznalativiz-melegités izemmod (1=aktiv, 0=nem aktiv)
2 Melegviz-kérelem a hészivattyu felé (1=van kérelem, O=nincs kérelem)
t 1d6

[8-04]): Kiegészitd i1d6zitd itt: [4-02]/[F-01]

LA LA
[8-01]+ [8-01]+ |
[8-04] [8-04] \
(8-02] {---a, (8-02]
8-01 \'\ 8-01 ’/
[8-01] -+ . [8-01] v
. e
> > z >
[5-03] 402 1, [F-01] BC 1,
T, Kornyezeti (kiltéri) h6mérséklet

t 1d6
Ciklusok kozotti ido
A hasznalati meleg viz eléallitasanak legnagyobb mikodési ideje

# Kod
[8-02]

Leiras

Ciklusok kozotti ido: A hasznalati meleg
viz lzem két ciklusa kozotti minimalis id8. A
tényleges ciklusok kozotti id8 szintén a [8-04]
bedllitastol fugg.

Tartomany: 0~10 6ra

Megjegyzés: A minimalis id6tartam 0,5 éra még a
0 érték valasztasa esetén is.
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Kod

Leiras

[9.6.5]

[8-00]

Minimdlis mikodési 1id6:

NE modositsa.

[9.6.6]

[8-01]

Maximdlis mikodési 1id6 a hasznalati meleg
viz lzemmadd esetében. A hasznalati meleg viz
melegitése leall még akkor is, ha a haszndlati
meleg viz célhémérsékletét NEM érte el a
rendszer. A tényleges maximalis m(ikodési idé
szintén a [8-04] bedllitastol fugg.
= Ha Vezérlés=Szobatermosztat: Ez az el6re
bedllitott érték kizarolag akkor szamit, ha
térflitésre vagy térh(itésre van igény. Ha NINCS
térfltési/-h(tési igény, a rendszer addig f(ti a
tartalyt, amig az el nem éri a célhémérsékletet.

= Ha Vezérlés#Szobatermosztat: Ez az el6re
bedllitott érték minden esetben szamit.

Tartomany: 5~95 perc

Megjegyzés: A [8-01] értékét NEM lehet 10
percnél révidebbre allitani.

[9.6.7]

[8-04]

Kiegészit6 id6zitd: A maximalis miikodési
id6 kiegészité mikodési ideje a [4-02] vagy [F-01]
kaltéri hémérséklettdl figgden.

Tartomany: 0~95 perc

Vizcs6 befagyasanak megel6zése

Csak a kultéri vizcs6vezetékekkel szerelt rendszerek esetére vonatkozik. Ez a
funkcié megkisérli megdvni a kultéri vizcsdveket a befagyastol.

# Kéd Leiras
[9.7] [4-04] Vizcs6 befagyasanak megeldzése:
= 0: Folyamatos szivattyumiikodés. NE
hasznalja.
= 1:Nem folyamatos szivattyumiikodés
= 2:Ki
MEGJEGYZES

®

Ha a rendszer NEM tartalmaz kiegészité flitéelemet, akkor:

® Ellendrizze,
([2-06]=1).

= NE moédositsa a szoba alapértelmezett fagymentesitési értéket [2-05].

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vizes6 befagydsanak megel6zése aktivalva van

hogy a

szoba fagymentesitésének vezérlése aktivalva van-e

([4-04]#2).
MEGJEGYZES
Vizcs6 befagyasanak megel6zése. A vizcsé befagydsanak megel6zése — ha

engedélyezve van — akkor is aktiv marad, ha KIKAPCSOLIA a térfiitési/h(tési
tizemmadot ([C.2]: Uzemeltetés > Térfiités/-hiités).
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®

MEGJEGYZES

CSAK akkor tiltsa le a vizcsé befagyasanak megel6zését, ha glikolt hasznal. Tovabbi
informacio a glikollal valo fagyvédelemrdl: "8.2.4 A vizkér befagyas elleni

védelme" [» 81].

Kedvezményes elektromos daram

#

Kod

Leiras

[9.8.2]

[D-00]

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha a [9.8.4]
bedllitisa NEM Okoshalézat.

Flités engedélyezése: Mely flit6elemek
mUkodése engedélyezett kedvezményes kWh
dijszabdsu tapellatas esetén?

= 0 Nem: Nincs

=1 Csak segédfitbelem: Csak
segédflitGelem

= 2 Csak kiegészité  flitbelem: Csak
kiegészité flit6elem

= 30sszes: Minden f(itéelem

Lasd még az alabbi tdbldzatot (Kedvezményes
kWh-dijszabasu elektromos dram hasznalata
soran engedélyezett flitGelemek).

A 2 beadllitas csak akkor hordoz jelentést, ha a
kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram
1-es tipusuy, vagy a hidromodul kiléon normal
kWh-dijszabasu elektromos dramra van
csatlakoztatva (X2M/5-6 hasznalataval), és a
kiegészit6 flit6elem NEM a kedvezményes kWh-
dijszabasu elektromos aramhoz csatlakozik.

[9.8.3]

[D-05]

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha a [9.8.4]
bedllitisa NEM Okoshalézat.

Szivattyu engedélyezése:

= 0 Nem: A szivattyd kényszeritett kikapcsolt
allapotban van

= 1 Igen: Nincs korldtozds

SzerelGi referencia-Utmutato
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Leiras

[9.8.4] [D-01]

Csatlakozas a kovetkez6hoz: Kedvezményes
elektromos daramvagy Okoshalézat:

= 0 Nem: A kiltéri egység normal dramellatasu.

= 1 Nyitva: A kultéri egység kedvezményes kWh
dijszabasu tapellatashoz van csatlakoztatva.
Amikor a kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos  szolgdltatdé elkdldi, akkor a
kontaktus kinyit, és az egység
kényszerkikapcsolas Gzemmadra valt. Ha a jel
megszUnik, a feszlltségmentes kontaktus zarul,
és az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus Ujrainditasi
funkcidt.

= 2 Zarva: A kiltéri egység kedvezményes kWh
dijszabdsu tapellatashoz van csatlakoztatva.
Amikor a kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos  szolgdltatd elkildi, akkor a
kontaktus zarul, és az egység
kényszerkikapcsolas Gzemmadra valt. Ha a jel
megszlnik, a feszlltségmentes kontaktus
kinyit, és az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus Ujrainditasi
funkciot.

= 3 Okoshalézat: A rendszerhez okoshaldzat
van csatlakoztatva

[9.8.5] Nem
alkalmazhaté

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshalodzat.

A 2 bemeneti okoshalézati csatlakozo altal
kialdott okoshaldzati Gzemmaodot jelzi.

Okoshalozati lzemmdd:
= Szabad uzem

= Kényszerkikapcsolas
= Ajanlott be

= Kényszeritett be

Lasd még az alabbi tablazatot (Okoshaldzati
Gzemmodok).

[9.8.6] Nem
alkalmazhato

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshdalézat.

Az elektromos flit6elemek engedélyezésének
bedllitasa.

Elektromos flt6elemek engedélyezése:

= Nem

= Igen

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN
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# Kod Leiras

[9.8.7] Nem Korlatozas: Kizardlag szobatermosztat-vezérlés
alkalmazhaté |esetén alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshalozat.

Szobapufferelés engedélyezésének beallitasa.

Szobapufferelés engedélyezése:

= Nem: A fotovoltaikus panelekrél szarmazd plusz
energia pufferelése csak a HMV-tartalyban
torténik (vagyis felmelegiti a HMV-tartalyt).

= Igen: A fotovoltaikus panelekrél szarmazo
plusz energia pufferelése a HMV-tartdlyban és
a térfltési/-hlitési korben torténik (vagyis
felmelegiti vagy lehiti a szobat).

[9.8.8] Nem Korlatozas beallitasa kW-ban
alkalmazhaté

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha:
= [9.8.4]=0koshalézat.

= A fotovoltaikus panelekhez nem érhetd el
impulzusmérd (drammérg) ([9.A.2]
Aramfogyasztds-méré 2 =Nincs)

Altaldban, ha elérhetd az impulzusmérd, a
kovetkez§ torténik:

= Az impulzusméré méri a fotovoltaikus panelek
altal termelt dramot.

= Az egység az okoshdlézat "Ajanlott BE"
Uzemmadjaban vald hasznalat sordn korlatozza
az energiafogyasztdsat annak érdekében, hogy
csak a fotovoltaikus panelek 3altal termelt
aramot hasznalja.

A megfelel§ bedllitds (Korlatozas
beallitdsa kW-ban)hasznalataval az egység
energiafogyasztdsat azonban akkor is lehet
korlatozni, ha nem all rendelkezésre
impulzusmérd. Ezzel megel6zhetd a
tulfogyasztds, és igy kikényszeriti a halézatrol
szarmazé aram felhasznalasat.

Kedvezményes kWh-dijszabast elektromos dram hasznalata soran
engedélyezett flit6elemek

[D-00] Segédfiitéelem Kiegészité flitGelem Kompresszor
0 Kényszeritett KI Kényszeritett Kl Kényszeritett Kl
1 Engedélyezett
2 Kényszeritett Kl Engedélyezett
3 Engedélyezett

Okoshalozati lizemmaodok

A 2 bemeneti okoshalozati  csatlakozd  (lasd:  "9.3.14  Csatlakozas
okoshdldézathoz" [» 120]) a kdvetkezd okoshdldzati médokat képes aktivalni:

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Okoshalozati csatlakozo [9.8.5] Okoshalozati ilizemmdod
(1] (2]

0 0 Szabad Uzem

0 1 Kényszerkikapcsolas

1 0 Ajanlott be

1 1 Kényszeritett be

Szabad ilizem:
Az okoshaldzati funkcido NEM aktiv.
Kényszerkikapcsolas:

= Az egység kényszeriti a kompresszor és a flitGelemek (kiegészitd flitGelem,
segédfiitéelem) KIKAPCSOLASAT.

= A védelmi funkcidok (vizcsé befagyasanak megelGzése, leeresztés megeldzése,
szobai fagyvédelem, tartalyfert&tlenités) és a jégmentesités NINCSENEK felllirva
(e funkcidk tekintetében a kapacitds nem lesz korlatozva)

Ajanlott be:

= Ha a térf(ités/-h(tés kérése Kl van kapcsolva, és a tartdly célh6mérséklete el lett
érve, az egység valaszthatja a fotovoltaikus panelekr§l szarmazdé energia
pufferelését a szobdban (csak szobatermosztdtos szabalyozds esetén) vagy a
HMV-tartalyban ahelyett, hogy azt a hdlézatba juttatna.

Szobapufferelés esetén a szoba hémérséklete a kényelmi célhémérsékletre lesz
fltve vagy h(itve. Tartalypufferelés esetén a tartaly hémérséklete a maximalis
tartalyhémeérsékletre lesz flitve.

= A cél a fotovoltaikus panelekrdl szarmazé energia pufferelése. Emiatt az egység
kapacitdsanak korlatjadt a fotovoltaikus panelek altal biztositott energia
mennyisége jelenti:

Ha az okoshalézati impulzusméré... Akkor a hatarérték...
Elérhetd Az okoshalézati impulzusmérd

bemenete alapjan mikods egység
hatarozza meg.

Nem valaszthaté A [9.8.8] Korlatozas beallitasa
kW-ban beadllitds hatdrozza meg

= A védelmi funkciok (vizcs6 befagydsdanak megel6zése, leeresztés megel6zése,
szobai fagyvédelem, tartdlyfert&tlenités) és a jégmentesités NINCSENEK felllirva
(e funkcidk tekintetében a kapacitas nem lesz korlatozva)

Kényszeritett be:

Hasonlé a Ajanlott be beadllitdshoz, de nincs kapacitaskorlatozas. A cél az, hogy
amikor csak lehet, NE hasznalja a halézatot.

Sziikséghelyzeti méd. Ha a szlkséghelyzeti mod aktiv, NEM lehet pufferelni az
elektromos fit6elemmel Kényszeritett be ésAjanlott be Gzemmaddokban.

Energiafogyasztas-vezérl6

Energiafogyasztas-vezérlé

A funkcidval kapcsolatos részletes informaciok: "6 Hasznalati irdnyelvek" [» 27].
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# Kéd Leiras
[9.9.1] [4-08] Energiafogyasztas-vezérld:
= 0 Nem: Letiltva.
= 1 Folyamatos: Engedélyezve: megadhat egy
teljesitménykorlat értéket (A vagy kW),
amelyre a rendszer minden esetben
korlatozza az energiafogyasztast.
= 2 Bemenetek: Engedélyezve: legfeljebb négy
kilonb6zé  dramforrds-korldtozasi  értéket
adhat meg (A vagy kW), amelyekre a rendszer
az energiafogyasztast korldtozza, amennyiben
a megfelel6 digitalis bemenet kéri azt.
[9.9.2] [4-09] Tipus:
=0 Amper: A korlatozasi értékek A
mértékegységben vannak megadva.
=1 kW: A korldtozdsi  értékek kW

mértékegységben vannak megadva.

Korlatozas, ha [9.9.

1]=Folyamatos és [9.9.2]=Amper:

#

Kod

Leiras

[9.9.3]

[5-05]

Korlatozas: Kizérdlag a folyamatos
aramer@sség-korlatozasi lzemmad esetén
alkalmazhato.

OA~50A

Korlatozasok, ha [9

.9.1]=Bemenet

ek és[9.9.2]=Amper:

# Kéd Leiras
[9.9.4] [5-05] Korlatozas 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Korlatozas 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Korlatozads 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Korlatozas 4:0A~50A
Korldtozas, ha [9.9.1]=Folyamatos és [9.9.2]=kW:
# Kéd Leiras
[9.9.8] [5-09] Korlatozas: Kizarolag folyamatos

aramforras-korlatozasi Gzemmaod esetén
alkalmazhato.

0 kW~20 kW

Korlatozasok, ha [9

.9.1]=Bemenet

ek és [9.9.2]=kW:

# Kéd Leiras
[9.9.9] [5-09] Korlatozas 1:0kwW~20 kw
[9.9.A] [5-0A] Korlatozas 2:0kwW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Korlatozas 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Korlatozas 4:0kwW~20 kW
SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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Els6bbségi flitéelem

# Kéd Leiras
[9.9.D] [4-01] Az energiafogyasztas-vezérl LETILTVA
[4-08]=0
= 0 Nincs: A kiegészitd flitéelem és a
segédflitéelem egyszerre mikddhet.

= 1 Segédfiitbelem: A segédflitéelemnek van
elsébbsége.

= 2 Kiegészit6 flitbelem: A kiegészitd
fdt6elemnek van elsébbsége.

Energiafogyasztas-vezérl6 ENGEDELYEZVE
[4-08]=1/2

= 0 Nincs: Az dramellatas korlatozasi szintjétdl
fliggden elséként a segédfiitéelem
korldtozasa 1ép életbe, a kiegészit6 fltEelem
korldtozasa el6tt.

=1 Segédfiitéelem: Az  aramellatas
korldtozasi szintjétsl fluggben elséként a
kiegészit6 flit6elem korlatozdsa lép életbe, a
segédflitéelem korlatozasa el6tt.

= 2 Kiegészit6 fltbelem: Az dramellatas
korlatozasi szintjétdl fluggben elséként a
segédflitéelem korlatozasa |ép életbe, a
kiegészits f(it6elem korlatozasa el6tt.

Megjegyzés: Amennyiben az energiafogyasztas-vezérl§ LE VAN TILTVA (az 6sszes
modell esetében), a [4-01] bedllitds meghatdrozza, hogy a kiegészit6 flitéelem és a
segédfitbelem mUlkodhet-e egyszerre, vagy a segéd-/kiegészité flitGelem
mikodése els6bbséget élvez a kiegészitd/segédfiitéelem mikodésével szemben.

Ha az energiafogyasztas-vezérld ENGEDELYEZETT, a [4-01] bedllitds az érvényes
korlatozastol fliggben meghatadrozza az elektromos flit6elemek prioritasat.

BBR16

A funkcidval kapcsolatos részletes informaciok: "6.6.4 BBR16 aramforras-
korlatozas" [» 58].

. INFORMACIO

l A Korlatozas: BBR16-beallitasok csak akkor lathatdk, ha a felhasznaloi felilet nyelve
svéd.
MEGJEGYZES
2 hét all rendelkezésre a médositasra. A BBR16 aktivalasa utan minddssze 2 hete
van a bedllitasok modositasara  (BBR16 aktivalasa és BBR16
teljesitménykorlatozasa). 2 hét elteltével az egység rogziti ezeket a
beallitasokat.
Megjegyzés: Ez kilonbozik a folyamatos drramforrds-korldtozastél, amely mindig
modosithato.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
213



10 | Konfiguralas

BBR16 aktivalasa

t# Kod Leiras
[9.9.F] [7-07] BBR16 aktivalasa:
= 0: letiltva

= 1: engedélyezve

BBR16 teljesitménykorlatozdsa

# Kod Leiras

[9.9.G] [N/A] BBR16 teljesitménykorlatozdasa:Eza
bedllitds a menuszerkezetbdl konfiguralhato.

= 0 kW~25 kW, 0,1 kW-os |épésekben

Energiamérés
Energiamérés

Ha az energiamérést kuls6 mérék végzik, a beadllitdsokat az aldbbiak szerint
konfiguralja. Vélassza ki az egyes arammérdk kimenetének impulzusfrekvencidjat
azok mdszaki jellemz8inek megfelel6en. Lehetséges legfeljebb 2 kilonbozd
impulzusfrekvenciaju aramméré csatlakoztatasa is. Amennyiben csak 1 dramméré
van hasznalatban, vagy egy sem, valassza a "Nincs" lehetdséget annak jelzésére,
hogy NEM hasznalja a megfelel§ impulzusbemenetet.

# Kéd Leiras
[9.A.1] [D-08] Aramfogyasztas-méré 1:

= 0 Nincs: NINCS beszerelve
= 11/10kWh: Beszerelve

= 2 1/kWh: Beszerelve

= 310/kWh: Beszerelve

= 4100/kWh: Beszerelve

= 51000/kWh: Beszerelve

[9.A.2] [D-09] Aramfogyasztas-méré 2:
= ONincs: NINCS beszerelve
= 11/10kWh: Beszerelve

= 2 1/kWh: Beszerelve

= 310/kWh: Beszerelve

= 4100/kWh: Beszerelve

= 51000/kWh: Beszerelve

Ha a fotovoltaikus panelekhez elérhetd
impulzusméré:

= 6100/kiWh a PV-panelhez: Beszerelve
= 71000/kWh a PV-panelhez: Beszerelve

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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ErzékelGk

Kuils6 érzékel6

t Kod Leiras

[9.B.1] [C-08] KiilsG érzékeld: Ha opcionalis kiilsé
kornyezeti érzékel6 van csatlakoztatva, meg kell
adni az érzékeld tipusat.

= ONincs: NINCS beszerelve. A taviranyitdban és
a kiltéri egységben taldlhaté hdémérséklet-
érzékel6 mérési célt szolgal.

= 1 Kultéri: Csatlakoztatva a kiltéri egység
kiltéri h6mérsékletet mérd hydro PCB-jéhez.
Megjegyzés: A kiltéri egységben taldlhato
hémérséklet-érzékeld bizonyos funkcidk esetén
is hasznalhato.

= 2 Szoba: Csatlakoztatva a kultéri egység
beltéri h6mérsékletet méré hydro PCB-jéhez.
A tavirdnyitéban [év6 hdémérséklet-érzékels
NINCS hasznalatban a tovabbiakban.
Megjegyzés: Ennek az  értéknek  csak
szobatermosztat-vezérlés esetén van jelentése.

Kilsé érzékeld eltolasa

KIZAROLAG csatlakoztatott és bedllitott kiilss, kiltéri kdrnyezeti érzékeld esetén
alkalmazhato.

A kils6, kiltéri kornyezeti hémérséklet-érzékeld kalibralhatd. A hémérséklet-
érzékeld értékéhez eltolas adhatd hozza. Ez a beadllitas az olyan helyzetek esetén
torténd kiegyenlitésre vald, amikor a kilsé kornyezeti érzékel6 nem szerelhetd
idealis helyre.

# Kod Leiras
[9.B.2] [2-0B] Kiulso érzékeld eltolasa: Akilsé
hémérséklet kultéri hémeérséklet-érzékeldn mért
eltoldsa.
= —5°C~5°C, 0,5°C-0s lépésekben

Atlagolasi id6

Az atlagid6ézité korrigadlja a kornyezeti hémérsékleti ingadozdsok hatdsat. Az
id6jarasfiggs célhémérsékletet a rendszer az atlagos kultéri h6mérséklet alapjan
szamitja ki.

A kiltéri hémérsékletet a kivalasztott id6tartamra atlagolja a rendszer.

# Kéd Leiras
[9.B.3] [1-0A] Atlagolasi idé:
= 0: Nincs atlagolas
= 1:12 d6ra
= 2:24 6ra
= 3:48 6ra
= 4:72 déra
EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Bivalens

INFORMACIO

Ha az energiatakarékos funkcio aktivdlva van (lasd: [E-08]), az atlagos kultéri
hémérséklet szamitasa csak kiltéri hémérséklet-érzékel6 hasznélata esetén
lehetséges. Lasd: "6.7 Kilsé hémérséklet-érzékels beallitasa" [» 59].

i @

Bivalens

Csak akkor alkalmazhato, ha rasegit6 vizmelegit6t hasznal.

MEGJEGYZES
A bivalens mikodés csak akkor lehetséges, ha:

= Atérflitést BE van kapcsolva, és

= A HMV-tartdly mikodtetése Kl van kapcsolva.

INFORMACIO

A bivalens mikodés csak 1 kilép6 vizhémérsékleti zéna esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

i @

* szobatermosztatos szabdlyozas, VAGY

= kils6 szobatermosztatos szabdlyozas.

A bivalens bemutatasa

A funkcio célja annak meghatarozasa, hogy melyik fltési er6forras gondoskodjon a
térfltésrdl, a hGszivattydrendszer vagy a rasegité vizmelegitd.

# Kéd Leirds
[9.C.1] [C-02] Bivalens: Jelzi, ha a térf(itést mas héforras is

végzi az adott rendszerben.
= 0 Nem: Nincs beszerelve

= 1 Igen: Beszerelve. A rasegit6 vizmelegité
(gazkazan, olajégs) alacsony kilsé kornyezeti
hémérséklet esetén térflités Gzemmaddban
mUkodik. A bivalens mukddés sordn a
h@szivattyl hasznalati meleg viz Gzemmadban
makaodik, amikor fel kell fliteni a tartalyt, vagy
KIKAPCSOL. Allitsa be ezt az értéket kiegészits
vizmelegit6 hasznalata esetén.

= Ha a Bivalens engedélyezve van: Amikor a kiltéri hémérséklet a bivalens
mUkodés BE hémérséklete (rogzitett vagy az energiadijak alapjan valtozd) ald
esik, a hdszivattyd térflités muikodése automatikusan ledll, és a rasegité
vizmelegit6 engedélyezési jele aktivalodik.

* Ha a Bivalens le van tiltva: A h@szivattyd csak a mkodési tartomanyban
biztosit térflitést. A rasegitd vizmelegité engedélyezési jele mindig inaktiv.

Az atvdltds a hdszivattyUrendszer és a rasegité vizmelegité kozott az aldbbi

bedllitdsokon alapul:

= [C-03] és [C-04]

= Elektromos aram ara: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
= Gaz ara: [7.6]

[C-03], [C-04] és T,

SzerelGi referencia-Utmutato
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A fenti bedllitdsok alapjan a hészivattydrendszer megallapitja a T,

egy [C-03] és [C-03]+[C-04] kozotti valtozo.

értékét, amely

calc

3°C
a
b »
[C-03] Tealc  [C-03]+[C-04] Ta
T, Kuiltéri h6meérséklet
T.. Bivalens mikodés BE h6mérséklete (valtozo). Ezen hEmérséklet alatt a rasegité
vizmelegité mindig BE van kapcsolva. A T, soha nem sullyedhet a [C-03] pont ald
vagy emelkedhet a [C-03]+[C-04] pont folé.
3°C Rogzitett hiszterézis a hGszivattyurendszer és a rasegit6 vizmelegitd kozotti tul
gyakori valtas megakadalyozasara
a Rasegits vizmelegitd aktiv
b Rasegit6 vizmelegit6 inaktiv
Amennyiben a kiilsé Akkor...
hémérséklet... A hészivattyurendszerrel | A rasegit6 vizmelegité
végzett térfiités... bivalens jele...
aldesik T, Al Aktiv
Tc+3°C folé emelkedik Elindul Inaktiv

INFORMACIO

i

A résegit6 vizmelegité engedélyezési jele az EKRP1IHBAA panelen (digitalis KI/BE PCB)
talalhatd. Ha aktiv, az X1, X2 aramkore zarva van, ha nem aktiv, akkor nyitva. A
kontaktus sematikus helyét lasd az aldbbi dbran.

_X2M o
[ |
SS1
O
— ][] 00
L] X1M
L]
o vc|y1]|v2]|y3|va| o
# Kod Leiras
9.C.3 [C-03] Tartomany: —25°C~25°C, (Iépés: 1°C-onként)
9.C.4 [C-04] Tartomany: 2°C~10°C (lépés: 1°C-onként)

pontosabb az 4tvaltas

Minél magasabb a [C-04] értéke, annal

rasegitd vizmelegité kozott.

a hészivattyurendszer és a

A [C-03] értékének meghatdrozdsahoz az alabbiak szerint jarjon el:

1 Hatdrozza meg a

CopP

coefficient of

(

egyUtthatdja) értékét az aldbbi képlettel:

performance, teljesitmény

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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Képlet

Példa

vizmelegit6 hatékonysaga

COP = (elektromos dram/gaz ara)®® x

Ha:

= Az elektromos aram dara: 20 c€/kWh
= A gdz ara: 6 c€/kWh

= Avizmelegit6 hatékonysaga: 0,9
Akkor: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Ugyeljen ra, hogy azonos mértékegységeket hasznaljon az elektromos dram és a gaz

arahoz (a fenti példaban mindketté c€/kWh).

2 Hatdrozza meg a [C-03] értékét a grafikon segitségével. Példaként lasd a

tablazat jelmagyarazatat.

4cop
6

35°C

55°C

1
1
1
1 1
1
1
'
1 4

2.5v(a)

6

8

101 12 14

v
10.5 (b)

a [C-03]=2,5, ha COP=3 és a kilép& vizhém.=35°C
b [C-03]=10,5, ha COP=3 és a kilép& vizhém.=55°C

MEGJEGYZES

®

allitva, mint a [C-03].

Gondoskodjon arrél, hogy az [5-01] értéke legaldbb egy 1°C-kal magasabbra legyen

Aram- és gazarak

INFORMACIO

referencia-Utmutatéban talal.

o

l Az aram- és gazarak bedllitdsahoz NE hasznalja a bedllitdsok attekintését. Ezeket
inkdbb a mentben ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] és [7.6]) dllitsa be. Az energiadrak
bedllitasardl tovabbi informaciokat az Gzemeltetési kézikonyvben és a felhasznaldi

INFORMACIO

i @

Szolarpanelek. Amennyiben szolarpaneleket hasznal, az elektromos aram arat
nagyon alacsonyra allitsa be, hogy a rendszer tébbet hasznalja a hészivattyut.

# Kéd Leiras

[7.5.1] N/A Felhaszndléi bedllitasok > Elektromos
aram ara>Magas

[7.5.2] N/A Felhasznaldéi beallitasok >Elektromos
dram dara>Kozepes

[7.5.3] N/A Felhaszndléi bedllitdsok > Elektromos
aram ara>Alacsony

[7.6] N/A Felhaszndldéi bedllitasok >Gaz ara

Kazadn hatékonysaga

A hasznalt vizmelegit6tél figgden ezt az alabbi mdédon kell kivalasztani:

SzerelGi referencia-Utmutato
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# Kod Leirds
[9.C.2] [7-05] = 0: Nagyon magas
= 1: Magas

= 2: Kozepes

= 3: Alacsony

= 4:Nagyon alacsony

Riasztas kimenete

Riasztas kimenete

# Kéd Leiras
[9.D] [C-09] Riasztas kimenete: A riasztas kimeneti
logikajat jelzi a digitalis KI/BE PCB-n a beltéri
egység magas szintd meghibdsoddasa esetén. Az
alacsony szint( hibak (vigyazat/figyelem) NEM
kertlnek a riasztas kimenetére.

= 0 Abnormdlis: A riasztds kimenete riasztas
bekovetkeztekor aktivalddik. Ezzel a bedllitassal
meg lehet kilonboztetni a riasztasi dllapotot és
az aramellatas kimaradasat.

= 1 Normdlis: A riasztds kimenete a riasztas
bekovetkeztekor NEM aktivalodik.

Lasd még az alabbi tablazatban (A riasztas
kimenetének logikaja).

A riasztas kimenetének logikaja

[C-09] Riasztas Nincs riasztas | Az egység nem kap
tapfesziiltséget
0 Zart kimenet Nyitott kimenet Nyitott kimenet
1 Nyitott kimenet Zart kimenet

Automatikus ujrainditas

Automatikus Gjrainditas

Az automatikus Ujrainditds funkcioé aramkimaradas utdn visszakeresi a kezel6feliilet
aramkimaradds el6tti beallitdsait. Ezért ajanlott ennek a funkcidnak az dllandé
engedélyezése.

Ha a kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos dram megszakitdsos, mindig
engedélyezni kell az automatikus Ujrainditds funkciét. A hidromodul folyamatos
vezérlése a kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram allapotatol figgetlendl
garantdlhaté, ha a hidromodult kilén normdl kWh-dijszabdsd elektromos
aramkorre csatlakoztatja.

# Kéd Leiras
[9.E] [3-00] Automatikus Ujrainditas:
= 0:Kézi
= 1: Automatikus
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Energiatakarékos funkcio

Energiatakarékos funkcio

Meghatdrozza, hogy a kompresszormodul tapelldtdsa megszakithaté-e (a
hidromodul vezérlGje daltal) Gzemszlneti allapot esetén (amikor nincs igény sem
térftésre/-h(itésre, sem haszndlati meleg vizre). A kompresszormodul
Uzemszlneti tapellatds-megszakitdsdanak engedélyezésére vonatkozod végsd dontés
a kornyezeti hémérséklettdl, a kompresszor allapotatdol és a bels§ idézitdk
minimalis értékétdl fugg.

Az energiatakarékos funkciéhoz engedélyezni kell az [E-08] paramétert a
felhasznaldi fellleten.

# Kod Leiras
[9.F] [E-08] Energiatakarékos funkcida
kompresszormodul esetében:
= 0: Nem
= 1: Igen
Védelmek letiltasa
INFORMACIO

i @

Védelmi funkcidk — "Szerel6 a helyszinen lizemmoéd". A szoftver fel van szerelve
védelmi funkciokkal; ilyen példaul a szoba fagymentesitési funkcidja. Szikség esetén
az egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkcidkat.

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant mikodés. A védelmi funkciok sziikség
esetén letilthatoak:

* Az elsé bekapcsolaskor: A védelmi funkcidk alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 12 6ra utan a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késGbbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkciokat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen bedllitds megadasdval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkciékat a [9.G]: Védelmek letiltasa=Nem
bedllitas megadasaval.

# Kéd Leiras
[9.G] N/A Védelmek letiltasa:
= 0: Nem
= 1:Igen

Kényszeritett jégmentesités
Kényszeritett jégmentesités

A jégmentesitési muvelet kézi moddszerrel vald inditdsa. A kényszeritett
jégmentesités csak akkor indithatd, ha legaldbb a kovetkezd feltételek teljestilnek:

= Az egység flités lzemmaoddban van, és néhany perce mar muikodik
= A klltéri kornyezeti h6mérséklet elég alacsony

= A klltéri egység h6cserélGspiraljanal mért hémérséklet elég alacsony

# Kod Leiras
[9.H] N/A Elinditja a jégmentesitési mlveletet?
= Vissza
= OK
Szerel6i referencia-Utmutatd 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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MEGJEGYZES
Kényszeritett jégmentesités inditasa. Csak abban az indithat kényszeritett

jégmentesitést, ha a h(ités Gizemmadd mar Gzemel egy ideje.

Helyszini beallitasok attekintése

Majdnem minden bedllitds elvégezheté a menlszerkezet haszndlataval. Ha
barmilyen okbdl mdédositani szlkséges valamely bedllitast a beallitasok attekintd
felUletén, az a helyszini bedllitasok attekinté fellletén [9.1] érheté el. Lasd:
"Beallitas attekintésének modositasa" [» 127].

MMiI-bedllitasok exportdlasa

A konfiguracids bedllitasok exportalasa

Az egység konfigurdcids bedllitdsait egy USB-memoriaeszkdzre exportalhatja az
MMI-n (a tartozékként mellékelt felhasznaldi fellleten) keresztil. Hibaelharitaskor
ezeket a bedllitdsokat dtadhatja a szervizrészlegnek.

t Kod Leiras
[9.N] Nem Az MMI-bedllitasok exportalva
alkalmazhaté |lesznek a csatlakoztatott
taroléeszkozre:
= Vissza
= OK

Az MMI-bedllitasok exportalasa

1 |Csatlakoztasson egy USB-memdriaeszkozt a felhasznaloi —
felllethez.

|
&

2 | Afelhasznaloi felileten lépjen a [9.N]MMI-beallitasok HGEe)
exportdlasa meniponthoz.

Vélassza ki a OK lehet&séget. Qs -O

4 |Tavolitsa el az USB-memoriaeszkozt. —

Kétzonas készlet

Az alabb felsorolt beallitasok mellett gy6z&djon meg réla, hogy a [7-02]=1 (azaz
[4.4] Zénak szdma = Kettbs zdna) értéket is beallitotta, ha kétzénas készlet
van telepitve.

Lasd még: "6.2.3 Tobb szoba — Két kilépd vizhémérsékleti zona" [» 38] és "Zéndk
szama" [» 176].
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Kétzondas készlet telepitve

# Koéd Leiras
[9.P.1] [E-OB] Beszerelt kétzonds készlet:

= O Nem : A rendszerben csak egy f6 zéna van.

= 1 Nem alkalmazhato

= 2 Igen: Kétzonas készlet van beszerelve egy
kiegészit6 hdémérsékleti zdona hozzaadasa

érdekében.
Kétzdénas készlet rendszer tipusa
# Kaéd Leiras
[9.P.2] [E-0C] Kétzoénds rendszer tipusa

= 0 Hidraulikus 1levalaszté nélkul/
kozvetlen szivattyu nélkiil

I
| |

1 1 | -

1 T L

| |

' '

| |

| L <

| | o

| |

e ...
<

>§%—@ -----

=1 Hidraulikus levalasztoéval/
kdozvetlen szivattyu nélkiil

|
1 1

| ! »

| T Ll

1 1

1 1

| 1

| L 4

1 1

| 1

_L SRNN

= 2 Hidraulikus levalasztoéval/
kdozvetlen szivattyuval

ol

a: Beltéri egység; b: Kever6egység; c: Hidraulikus
levalaszto; d: Kozvetlen szivattyu

Kiegészitd zona szivattyujanak rogzitett PWM-je

A kiegészit6 zona szivattyujanak sebessége ezzel a bedllitdssal rogzithetd.
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Kod

Leiras

[9.P.3]

[7-0A]

Kiegészit6 zona szivattyujanak
rogzitett PWM-je:Rogzitett
szivattyUsebesség kiegészit§ (kdzvetlen) zonahoz.

= 20~95% (alapértelmezett: 95)

F6 zona szivattyujanak rogzitett PWM-je

A {6 zona szivattyUjanak sebessége ezzel a bedllitassal rogzithetd.

#

Kod

Leiras

[9.P.4]

[7-08B]

F6 zdéna szivattyujanak rogzitett
PWM-je: Rogzitett szivattyUsebesség f6 (vegyes)
zéndhoz.

= 20~95% (alapértelmezett: 95)

Keverdszelep fordulasi ideje

Ha egy kuls6 gyartd altal gyartott keverdszelep van beszerelve az EKMIKPOA
vezérlével egyliitt, a szelep fordulasi idejét annak megfelelSen kell beallitani.

Ehhez a bedllitdshoz a térf(itést/-hitést és a tartaly miikodését ki KELL kapcsolni:

[C.2] Térfités/-hlités=0 (Ki) és [C3] Tartdly=0 (Ki). Lasd:
"10.6.12 Uzemeltetés" [» 224].

# Kod Leiras
[9.P.5] [7-0C] Keverdszelep fordulasi ideje: A

kever@szelep egyik oldalrél a masikra
forduldsdhoz sztkséges id6 masodperchen.

= 20~300 masodperc (alapértelmezett: 125)

A készlet szivattyujanak vagy szivattyuinak és a készlet keverdszelepének
blokkolasgatlasa, ha kétzonas készlet van beszerelve

®

# Kéd Leiras
[9.1 [3-0D] A készlet szivattyujanak vagy szivattydinak és a
készlet kever&szelepének blokkoldsgatlasa, ha
kétzonas készlet van beszerelve
= 0: letiltva
= 1: engedélyezve
MEGJEGYZES

Az egység azonnal Ujraindul a kétzonds készlet csatlakoztatasakor. Az egység
Ujrainditasat kovetSen javasolt a kovetkez6 érték beallitasa: [3-0D]=1.

10.6.10 BeUzemelés

Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:
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A
@ Informacio

X Szerelsi beallitasok
é Beiizemelés

8 Felhasznaloi profil

O Uzemeltetés

A belizemelés

Lasd: "11 Belizemelés" [» 229]

10.6.11 Felhasznaldéi profil

10.6.12 Uzemeltetés

10.6.13 WLAN

[B] Felhasznaléi

modositasa" [» 126].

B

X Szerelsi beallitasok
g Belizemelés

8 Felhasznaléi profil

(') Uzemeltetés
L\ Meghibasodss

Attekintés

profil:

[A] Belizemelés

[A.1] Uzemeltetési probaii
[A.2] Mikodtetd probalizem
[A.3] Légtelenités

[A.4] Betonszaritas

]

[A.5] Leszivattyuzas

Lasd: "A felhasznaldi

[B] Felhasznaldi profil

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:

C
B Beiizemelés

8 Felhasznaloi profil
(l) Uzemeltetés

/\ Meghibasodas
@ Szoba

[C] Uzemeltetés
[C.2] Térfiités/-hiités
[C.3] Tartaly

A funkcidk engedélyezéséhez vagy letiltasahoz

zem

jogosultsagi szint

Az Uzemeltetési menlben egyenként engedélyezheti és tilthatja le az egység

funkcioit.
# Kéd Leiras
[C.2] Nem Térfltés/-hiités:
alkalmazhaté |, 0: Ki
= 1: Be
[C.3] Nem Tartaly:
alkalmazhatd |, 0 Ki
= 1:Be

i @

INFORMACIO

Korlatozas: A WLAN-bedllitdsok csak akkor lathaték, ha be van helyezve egy WLAN-

kazetta a felhasznaldi fellleten.

SzerelGi referencia-Utmutato

224

P DAIKIN

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfigurélas

Attekintés

Az almeni a kdvetkezd elemeket tartalmazza:

D

[D] Vezeték nélkili atjaro
[D.1] Méd

[D.2] Ujrainditas
[D.3] WPS
[
[
[

& Felhasznalsi profil
(l) Uzemeltetés

7> Vezeték nélkili atjaro
[\ Meghibasodas
@ Szoba

D.4) Eltdvolitas a felh6bol
D.5] 0tthoni haldézati kapcsolat
D.6] Felh6kapcsolat

A WLAN-kazetta ismertetése

A WLAN-kazetta csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasznald igy a
ONECTA alkalmazdson keresztil vezérelheti a rendszert.

Ehhez az aldbbiakra van sziikség:

a | WLAN-kazetta A WLAN-kazettat be kell helyezni a felhasznaldi
fellleten. Lasd a WLAN-kazetta szerelési
kézikonyvét.

b |Utvalasztd Nem tartozék.

¢ | Okostelefon A ONECTA alkalmazast telepiteni kell a felhasznald

+alkalmazas okostelefonjara. Lasd:
WDAIKIN ) http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
. J

Konfiguralas

A ONECTA alkalmazds bedllitdsdhoz koévesse az alkalmazdsban megjelend
Utmutatdsokat. Ekozben az aldbbi mdveletekre és informdcidkra van szikség a
felhasznaldi fellleten:

Méd: Az AP (izemmodd BEKAPCSOLASA (= a WLAN-adapter hozzaférési pontként
mUikadik) vagy KIKAPCSOLASA.

# Kéd Leiras
[D.1] N/A AP lzemmdd engedélyezése:
= Nem
= Igen

Ujrainditds: A WLAN-kazetta Ujrainditdsa.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Kod

Leiras

(D.2]

N/A

Az atjard ujrainditasa:
= Vissza
= OK

WPS: A WLAN-ka

zetta csatlakozt

atdsa az Utvéalasztohoz.

#

Kod

Leiras

(D.3]

N/A

WPS:

= Nem

= Igen

i @

INFORMACIO

Ez a funkcid csak akkor haszndlhatd, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazas
szoftververzidja tamogatja.

Eltavolitas a felhobol: A WLAN-kazetta levalasztasa a felh6rél.

# Kod Leiras
(D.4] N/A Eltavolitds a felhobdl:
= Nem
= Igen
Otthoni hdldézati kapcsolat: Az otthoni halézathoz valé kapcsoldodas
allapotanak leolvasdsa.
# Kod Leiras
[D.5] N/A Otthoni halézati kapcsolat:
= Levalasztva a kovetkezorél
[WLAN_SSID]
= Csatlakoztatva a kovetkez6hoz
[WLAN_SSID]
FelhSkapcsolat: A felh6hoz vald kapcsolddas dllapotdnak leolvasasa.
# Kod Leiras
[D.6] N/A Felh6kapcsolat:
= Nem csatlakozik
= Csatlakoztatva
Szerel6i referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3

226

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



10 | Konfiguralas

10.7 MenuUszerkezet: Felhasznaldi bedllitdsok attekintése

[1] Szoba

A

Program

Fltés program

Hutés program

Fagymentesités

Hém. tart. beallitas

Szobai érzékeld eltolasa

Szoba kényelmi célh6mérséklete

3

[1.4] Fagymentesités

Aktivalas
Szoba célhémérséklete

[2] F6 zona

A

—> [1.5] HEm. tart. beallitas

Program

Fltés program
Hités program
Célhém.mod
Futési IF gorbe
Hutési IF gorbe
IF gorbe tipusa

B}

B}

Fatési minimum
Ftési maximum
(*)  Hitési minimum
(*)  H{tési maximum

—| [1.9] Szoba kényelmi célhémérséklete

Fltés kényelmi célhémérséklete

[3] Kiegészit6 zéna

1A

(*)  Hutés kényelmi célhémérséklete

Program

Fités program
(*) Hatés program

Célhém.mod

Fitési IF gorbe
(*) Hatési IF gérbe

IF gorbe tipusa

—| [7.2] Id&/datum

Ora
Perc
Ev

Hénap

[4] Térfiités/-hités

Nap

Uzemmod
(*) Uzemmod program

Nyéari id6szamitas
Formatum

[5] Tartaly

1A

[7.3] Szabadsag

Erételjes Gzemeltetés
Kényelmi célhémérséklet
Gazdasagos célhémérséklet
Ujramelegités célhmérséklet
Program

IF gorbe

IF gérbe tipusa

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

[7.4] Csendes

(**)  Uzemméd
Program
(**) Szint

[7] Felhasznaléi beallitasok

(**) Korlatozasok

Nyelv

Id6é/datum
Szabadsag
Csendes
Elektromos &ram ara
Gaz ara

—={ [7.5] Elektromos aram ara

Magas

Koézepes
Alacsony
Program

[8] Informéacio

Energiaadatok

Hibael6zmények

Forgalmazéval kapcsolatos informaciok
Erzékelsk

Mukodtetd egységek

Uzemmadok

Névjegy

Csatlakozas allapota

Uzemids

[8.1] Energiaadatok

Elektromos bemenet
Elgallitott hé

(***) [D] Vezeték nélkiili atjaro

Maod

[[B]Felhasznaisi profi

Ujrainditas

[C]Uzemeltetés

WPS
Eltavolitas a felh6bol

Térfltés/-hiités
Tartaly

Otthoni halézati kapcsolat

Felhékapcsolat

IO Célhdmérséklet képernydje

(*) Csaka hitésre is képes modelleknél alkalmazhato

(**) Csak a szerel6 férhet hozza

(***)

Csak akkor alkalmazhatd, ha be van szerelve WLAN

i

INFORMACIO

A beallitasok a kivalasztott szerelSi bedllitasoktdl és az egység tipusatol fuggben
|athaték/nem lathatok.
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10.8 MenuUszerkezet: Szerel6i bedllitasok attekintése

[9] Szerel6i beallitasok

[9.2] Hasznalati meleg viz

Beallitas varazslo

Hasznalati meleg viz

Kiegészito flitéelem
Segédfiitéelem

Vésziizem

Nyomaskiegyenlité

Vizcs6 befagyasanak megel6zése
Kedvezményes elektromos aram
Energiafogyasztas-vezérl
Energiamérés

Erzékelsk

Bivalens

Riasztas kimenete

Automatikus Ujrainditas
Energiatakarékos funkcid
Védelmek letiltasa

Kényszeritett jégmentesités
Helyszini beallitasok attekintése
MMI-beallitasok exportalasa

Hasznalati meleg viz
HMV-szivattyu

- HMV-szivattyl program
— Szolar

[9.3] Kiegészitd fiitéelem

— Kiegészitd futéelem tipusa
Feszliiltség

— Bedllitas

Teljesitmény — 1. fokozat
Kiegészité teljesitmény — 2. fokozat
Egyensuly

Egyensulyi hémérséklet

- Uzemeltetés

[9.4] Segédfiitselem

Teljesitmény

BSH engedélyezési program
Segédfiitéelem gazdasagos idézit6je
Uzemeltetés

(*) Csak a svéd nyelvre vonatkozik.

[9.6] Nyomaskiegyenlitd

Térfltés els6bbsége
Els6bbségi hémérséklet
Eltolas BSH célhémérséklet
Ciklusok kozétti idé
Minimalis miikddési id6
Maximalis mikodési id6é
Kiegészit id6zité

[9.8] Kedvezményes elektromos aram

Fités engedélyezése

Szivattyu engedélyezése
Kedvezményes elektromos aram
Okoshalézati izemmad

Elektromos fltéelemek engedélyezése
Szobapufferelés engedélyezése
Korlatozas beallitasa kW-ban

[9.9] Energiafogyasztas-vezérld

Energiafogyasztas-vezérlé
Tipus
Korlatozas
Korlatozas 1
Korlatozas 2
Korlatozas 3
Korlatozas 4
Els6bbségi fltéelem
(*) BBR16 aktivalasa
(*) BBR16 teljesitménykorlatozasa

[9.A] Energiamérés

Aramfogyasztas-mérd 1
Aramfogyasztas-méré 2

[9.B] Erzékeldk

Kiils6 érzékeld
Kiils6 érzékeld eltolasa
Atlagolasi id6

[9.C] Bivalens

Bivalens

Kazan hatékonysaga
Hémérséklet
Hiszterézis

i

INFORMACIO

A bedllitasok a kivalasztott szerelGi beallitasoktdl és az egység tipusatol fliggben

lathatok/nem lathatok.

SzerelGi referencia-Utmutato
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11 Belzemelés

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési
utasitdsok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitdasokat
egésziti ki, és utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhaté a
belizemelés és a felhasznaldnak vald dtadas soran.

MEGJEGYZES

Az egység tartalmaz egy automatikus légtelenit6 szelepet. Gy6z4djon meg arrol, hogy
a szelep nyitva van. A rendszer 6sszes automatikus légtelenité szelepének (az
egységben és a kilsé csévekben, ha vannak) nyitva kell maradnia a betizemelés utan.

i @

INFORMACIO

Védelmi funkciok — "Szerel6 a helyszinen lizemméd". A szoftver fel van szerelve
védelmi funkciokkal; ilyen példaul a szoba fagymentesitési funkcidja. Szikség esetén
az egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkcidkat.

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant mikodés. A védelmi funkciok sziikség
esetén letilthatdak:

= Az elsé bekapcsolaskor: A védelmi funkciok alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 12 6ra utdn a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késGbbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkcidkat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen bedllitds megadasaval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkcidkat a [9.G]: Védelmek letiltasa=Nem
bedllitas megadasaval.

Ebben a fejezetben

11.1
11.2
11.3
11.4

Attekintés: Betizemelés
Biztonsagi elSirasok a betizemeléskor
Ellendrzélista belizemelés el6tt

Ellendrzélista belizemelés kézben ...

1141
11.4.2
1143
11.4.4
11.4.5

Minimalis dramlasi sebesség
Légtelenitési funkcio
Uzemeltetési probaiizem....
MUkodtetd probatizem

Padlofitéses betonszaritas

11.1 Attekintés: Belizemelés

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie és tudnia a rendszer Osszeszerelése és
konfiguralasa utani belizemeléséhez.
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Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1

2
3
4

A "Belizemelés el6tti ellenérzélista" ellenérzése.
Légtelenités végrehajtasa.
A rendszer prébalizemének végrehajtasa.

Szlkség esetén egy probalizem végrehajtdsa egy vagy tobb mikodtetd egység
esetén.

Szlkség esetén padloflitéses betonkiszaritas végrehajtasa.

11.2 Biztonsagi elSirasok a belzemeléskor

INFORMACIO

Az egység els@ futtatasi periddusdban magasabb lehet a sziikséges tapellatas, mint az
egység adattablajan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 ora folyamatos Gzemelési id6tartamra van sziiksége a zokkenémentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

i @

MEGJEGYZES
A rendszer inditasa el6tt legalabb 6 déraval fesziiltség ald KELL helyezni az egységet.

Ha a kilsé hémérséklet fagypont alatt van, a kompresszorolajat fel kell melegiteni az
olaj elfogyasanak és a kompresszor meghibasoddsanak megel6zéséhez az inditds
soran.

MEGIJEGYZES
Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal

egylutt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

11.3 Ellendrzélista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellendrizze az aldbb felsoroltakat.

2  Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

Elolvasta a szerelGi referencia-utmutatéban ismertetett teljes szerelési Utmutatast.

A kiiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

A kapcsolddoboz vissza van forditva, és megfelel6 a helyére pattan a kapcsolddoboz
tartojaban.

Helyszini huzalozas

L O

Ellendrizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasdnak kivitelezése megfelel-e az
"9 Elektromos bekotések" [» 87] fejezetben ismertetett utasitdsoknak, a huzalozasi rajznak,
valamint a huzalozasra vonatkozé helyi jogszabalyoknak.

A rendszert megfelel&en foldelték, és a foldcsatlakozdk meg vannak szoritva.

A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készilékek a jelen dokumentumnak
megfelelGen lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattablajan feltlintetett feszlltséggel.

U O

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

SzerelGi referencia-Utmutato
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L]

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csovek a kiltéri egységben.

Csak beépitett kiegészit flitéelemmel rendelkezd modellek esetén (F1B: nem tartozék),
illetve ha a kils6 kiegészit6 flitGelem (F1B: gydrilag beszerelve a kiegészit6 flitGelembe) be
lett szerelve:

A kiegészit6 flit6elem haldzati megszakitdja (F1B) BE van kapcsolva.

Csak a beépitett segédfitéelemmel rendelkezd tartdlyok esetében:

Az F2B segédfiitéelem halézati megszakitdja (nem tartozék) BE van kapcsolva.

A megfelel6 cs6méret lett beszerelve, és a csovek megfelel8en szigetelve vannak.

Nincs vizszivargas a kiltéri egységen belil.

Az elzardszelepek megfelel6en vannak beszerelve, és teljesen nyitva vannak.

Az automatikus légtelenitd szelep nyitva van.

A nyomascsokkenté szelepbdl (térflitési kor) viz Gril, ha megnyitjak. Tiszta viznek KELL
tavoznia.

HEER NN AN

A minimalis vizmennyiség minden korilmények kézott garantalt. Lasd: "A vizmennyiség és
az aramlasi sebesség ellen6rzése" a kovetkezd részben: "8.1 A vizcsovek
elGkészitése" [» 72].

[l

(ha van) A hasznalatimelegviz-tartaly teljesen fel van toltve.

11.4 Ellendrzélista belzemelés kozben

]

A minimalis aramlasi sebesség minden korilmények kozott garantdlt. Lasd: "A
vizmennyiség és az aramlasi sebesség ellendrzése" a kovetkezd részben: "8.1 A vizcsdvek
el6készitése" [» 72].

Légtelenités végrehajtasa.

Prébalizem végrehajtasa.

Miikodtets egység probaiizemének végrehajtasa.

HENEEAER N

Padlo6fiitéses betonszaritas funkcio

A padlofiitéses betonszaritas funkcid elindult (sziikség esetén).

11.4.1 Minimalis daramlasi sebesség

Rendeltetés

A megfelel6en mikods kezelGegységhez fontos ellendrizni, hogy az elérte-e a
minimalis dramladsi sebességet. Ha szikséges, moddositsa a megkeril6szelep
bedllitasait.

Ha az lizemmad... A sziikséges minimalis dramlasi
sebesség...
H{tés 10 I/min
Flités 6 |/min
Kiegészitd flitbelem Gzemmadd 12 I/min
Fltés/jégmentesités 12 I/min
DHW 25 1/min
EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05

231



11 | Belizemelés

A minimdlis dramldsi sebesség ellendrzése

1 | Ahidraulikai beallitas alapjan ellenérizze, hogy mely térfltési —
korok zarhatodk le mechanikus, elektronikus vagy mas
szelepekkel.

2 |Zarjale az 6sszes lezarhatd térf(ités kort. —

3 |Inditsa el a szivattyu probalzemét (lasd: "11.4.4 Mkodtets —
probaltzem" [» 235]).

4 |Olvassa le az dramlds sebességét’® és a sziikséges +2 I/min —
minimalis dramlasi sebesség eléréséhez mddositsa a
megkerilSszelep beallitasat.

@ A szivattyl prébalizeme sordn az egység az dramlasi sebesség sziikséges minimalis szintje
alatt is Uzemeltethetd.

11.4.2 Légtelenitési funkcid

Rendeltetés

Az egység belizemelésekor és felszerelésekor nagyon fontos, hogy minden levegé
tdvozzon a vizkorbdél. Amikor a légtelenitési funkcié fut, a szivattyl az egység
tényleges mukodése nélkul Uzemel, és megkezd6dik a levegé eltdvolitdsa a
vizkorbdl.

MEGJEGYZES
A légtelenités elinditdsa el6tt nyissa meg a biztonsagi szelepet, és ellendrizze, hogy a

korben elegendd viz van-e. Csak akkor indithatja el a légtelenitési folyamatot, ha a
szelepbdl kinyitas utan jon viz.

Kézi vagy automatikus

A légtelenitésnek 2 mddja van:

= Kézi: A szivattyUsebességet alacsony vagy magas értékre dllithatja. A kort (a 3-
jaratl szelep poziciojat) Tér vagy Tartdly értékre dllithatja. A légtelenitést a
térflités és a tartaly (haszndlati meleg viz) kérében is végre kell hajtani.

= Automatikus: Az egység automatikusan valtoztatja a szivattylUsebességet és allitja
a 3-jaratu szelep pozicidjat a térflitési és a hasznalatimelegviz-kor kozott.

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer légtelenitése a kdvetkez8kbdl allhat:
1 Kézilégtelenités végrehajtasa
2 Automatikus légtelenités végrehajtasa

MEGJEGYZES
Amikor az egység kézi légtelenits szelepe segitségével légteleniti a rendszert, fogja fel

a szelepen esetleg kioml6 folyadékot. Ha a folyadékot NEM fogja fel, az a belsé
alkatrészekre cseppenhet, és az egység karosodasat okozhatja.

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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i @

INFORMACIO

= Arendszer |égtelenitéséhez a rendszer sajat légtelenits szelepeit hasznalja. Ezek a

kiltéri egység automatikus vagy kézi légtelenité szelepe, valamint egyéb nem
tartozék szelepek lehetnek.

Ha a rendszer tartalmaz kils6 kiegészité flit6elemet, haszndlja a kiegészitd
fltGelem légtelenitd szelepét is.

Ha a rendszer tartalmazza az EKMBHBP1 szelepkészletet, a légtelenités soran a
szelepkészlet 3 utas szelepének allasat a gomb elforditasaval at kell allitani annak
érdekében, hogy ne maradjon levegd a bypass szell6z6rendszerben. Tovabbi

informacio: "9.3.4 Kuls6 kiegészito fitéelem" [» 103].

INFORMACIO

i @

Kezdje a kézi légtelenités végrehajtasdval. Ha mar majdnem az Osszes levegd

tavozott, hajtson végre automatikus légtelenitést. Szikség esetén ismételje az
automatikus légtelenitést addig, amig meg nem bizonyosodott arrdl, hogy az 6sszes
leveg6 tavozott a rendszerbdl. A légtelenitési folyamat alatt NEM érvényes a

szivattyu [9-0D] sebességkorlatozasa.

A légtelenitési funkcio 30 perc elteltével automatikusan ledll.

INFORMACIO

o
l A legjobb eredmény elérése érdekében kilon légtelenitsen minden kort.

Kézi légtelenités végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(kodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés menibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartdaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa” [» 126].
2 |Lépjen az [A.3] pontra: Belizemelés > Légtelenités. Q-0
3 |Amenlben konfigurdlja a Tipus = Kézi bedllitast. OO}
4 |Vdlassza kia Légtelenités elinditdasa lehet8séget. (@O
5 |Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. Qs -O
Eredmény: A [égtelenités elindul. Automatikusan leall, ha
elkészilt.
6 | Kézi mikoddtetés kdzben: @O
= Valtoztathatja a kivant szivattylsebességet.
= A kor valtasat kézzel kell elvégeznie.
A bedllitdsok modositasahoz a légtelenités sordan nyissa meg a
men(t, és lépjen az [A.3.1.5]: Beallitasok pontra.
= Léptessen a KOr pontra, és allitsa Tér/Tartdly értékre. ©:---0
OO}
= Léptessen a Szivattyu sebessége pontra, és allitsa 10--0
Alacsony/Magas értékre. O-@
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11 | Belizemelés

7 | Alégtelenités manudlis ledllitasa: —

1 | Nyissa meg a menut, és lépjen a Légtelenités Qs -O
ledllitasa menilponthoz.

2 | Vélassza az OK gombot a megerdsitéshez. (@O

Automatikus légtelenités végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(ikoédés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa” [» 126].

2 |Lépjen az [A.3] pontra: Belizemelés > Légtelenités. QO
3 | Amenlben konfigurédlja a Tipus = Automatikus beallitast. OO}
4 |Vdlassza kia Légtelenités elinditdsa lehetdséget. Q-0
5 |Valassza az OK gombot a megerdgsitéshez. (@s:-O

Eredmény: A légtelenités elindul. Automatikusan leall, ha
elkészilt.

6 | Alégtelenités manudlis ledllitasa: —

1 |Lépjenameni Légtelenités leallitasa pontjara. Q-0

2 | Vélassza az OK gombot a megerdsitéshez. (@O

11.4.3 Uzemeltetési prébaitizem

Rendeltetés

Az egység megfelel6 mikodésének ellenérzése érdekében  végezzen
probalzemeket az egységen, és felligyelje a kilépd viz és a tartaly hémérsékletét. A
kovetkez§ probaltizemeket kell elvégezni:

= F(ités
= H(tés (ha van)

= Tartaly

Uzemeltetési probaiizem végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden mikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa" [» 126].

2 |Lépjen az [A.1] pontra: Belizemelés > Uzemeltetési QO
proébailizem.
3 | Valasszon ki egy probalizemet a listabol. Példa: Fltés. (@s-O
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11 | Belizemelés

4 |Vdlassza az OK gombot a meger6sitéshez. HGEe)

Eredmény: A prébalizem elindul. Automatikusan leall, ha
elkészilt (30 perc).

A prébatizem manudlis ledllitasa: —

1 |Lépjen a menl Prébalizem ledallitasa pontjdra. Q-0

2 | Vdlassza az OK gombot a meger@sitéshez. HGEe)

INFORMACIO

Ha a kaltéri hémérséklet az izemelési tartomanyon kivil esik, az egység esetleg NEM
mukodik, és NEM képes a vart kapacitdst szolgaltatni.

i @

A kilépd viz és a tartaly h6mérsékletének megfigyelése

A prébalzem soran az egység megfelel m(ikodése a kilépd viz (fltési/hitési mod)
és a tartaly (haszndlati meleg viz Uzemmodd) hémérsékletének megfigyelésével
ellenérizhetd.

A hémérsékletek megfigyelése:

1 Lépjen a meni Erzékeldk pontjara. @::-0
2 |Valassza a h6mérsékletadatokat. QO

11.4.4 MUkodtetd probatizem

Rendeltetés

A miiikodtetd egységek préobalzemével a kilonbozd egységek mikodését
ellendrizheti. A Szivattyu kivalasztasakor példdul elindul a szivattyu
probalzeme.

M(ikodteto egység probalizemének végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden mikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Installer értékre. Lasd: —
"A felhasznaldi jogosultsagi szint médositasa" [» 126].

2 |Lépjen az [A.2] pontra: Belizemelés > Mikodtetd QO
proébatlizem.
Valasszon ki egy probalizemet a listabdl. Példa: Szivattyu. @O
4 |Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. QO

Eredmény: A m(kodtets egység probalizeme elindul.
Automatikusan leall, ha elkészult (+30 perc).

A prébatizem manudlis ledllitasa: —

1 |Lépjen a menl Probailizem ledllitasa pontjdra. QO
2 | Valassza az OK gombot a megerdsitéshez. QO

Lehetséges miikodtet6egység-probaiizemek
= Segédfitbelem-probalzem
= Kiegészitd fltb6elem 1-prébailizem

= Kiegészit6 flit6elem 2-prébalzem
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= Szivattyu-prébatzem

INFORMACIO

°
l Gy6z6djon meg rola, hogy az Gsszes levegdt kiengedte a prébalizem végrehajtasa
el6tt. Valamint kerilje a préobatzem folyaman a vizkor megzavarasat.

= Valtoszelep-probalzem (a térflités és a tartdlyf(ités kozotti valtasra vald 3-
jaratu szelep)

= Bivalens jel-probalzem

= Riasztas kimenete-prébailzem
= H/F jel-probalzem

= HMV-szivattyu-prébatzem

11.4.5 Padlof(itéses betonszaritas

A padloéfiitéses betonszaritas

Rendeltetés

A padléfiitéses (UFH) betonszaritas funkcioval a padléfiités rendszer betonja
szarithato ki a hazak épitésekor.

MEGJEGYZES
A szereld felelGssége:

" a cement gyartojaval torténd kapcsolatfelvétel a maximadlisan engedélyezett
hémérséklettel kapcsolatban a cement repedezésének elkertilése érdekében,

" a padlofiitéses betonszaritds programozasa a cement gyartoja altal megadott
kezdeti flitési utmutatasai alapjan,

= a beallitds helyes miikddésének ellenérzése szabalyos id6kozénként,

= acement tipusanak megfelel6 program végrehajtasa.

Padlofiitéses (UFH) betonszaritas a kiltéri egység lizembe helyezése utan

Ha a kultéri hémérséklet és a [4-02] beallitdsa > 25°C, a kiegészité flitbelem a
hdszivattyd mdkodtetése nélkul hajtja végre a betonszéritast és a kilép6 viz
szallitasat.

A padloéfiitéses betonkiszaritas programozasa

Id6tartam és hémeérséklet

A szerel§ legfeljebb 20 Iépést programozhat be. Minden |épés esetén meg kell
adnia:

1 azid6tartamot érakban, amely legfeljebb 72 6ra,

2 akivant kilépd vizhémérsékletet, amely legfeljebb 55°C.

Példa:
TA 240 (1) 36h (2) |
|
35°C (2)
25°C (1)
t
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T Akivant kilép6 vizhémérséklet (15~55°C)
t Id6tartam (1~72 6)

(1) 1. muveletilépés

(2) 2. mduveletilépés

Lépések

1 |Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 126].

2 |Lépjenaz [A.4.2] pontra: Belizemelés >Betonszaritas > QO
Program.

3 | Hozza létre a programot: —

Uj lépés hozzaadasahoz valassza ki a kovetkezd iires sort, és
modositsa az értékét. Egy Iépés és az azt kovetd Osszes |épés
torléséhez allitsa be az id6tartamat "-" értékre.

= Gorgesse végig a programot. ©:--0

= Allitsa be az idStartamot (1 és 72 dra kozott) és a OO}
hémérsékletet (15°C és 55°C kdzott).

4 | Nyomja be a bal oldali teker6kapcsoldt a program mentéséhez. Q-0

Padlofiitéses betonszaritas végrehajtasa

INFORMACIO

* Ha az Vészlizem bedllitdsa Kézi ([9.5]=0), és az egység szlikséghelyzeti lizemet
inditana, a felhaszndloi felllet megerd@sitést kér az Uzem inditdsa el6tt. A
padlofiitéses betonszaritds funkcid akkor is aktiv marad, ha a felhasznaldé NEM
erdsiti meg a szlikséghelyzeti Gzemet.

i

= A padloflitéses betonszaritas folyamata alatt NEM érvényes a szivattyd [9-0D]
sebességkorlatozasa.

MEGJEGYZES
Padléflitéses betonszaritas végrehajtasdhoz a szobai fagyvédelmet le kell tiltani

([2-06]=0). Alapértelmezés szerint engedélyezve van ([2-06]=1). A "szerel6 a
helyszinen" Gzemmod miatt azonban (lasd: "Belizemelés") a szobai fagyvédelem 12
orara automatikusan le lesz tiltva az elsé bekapcsolast kovetéen.

Ha a betonszéritast az elsé bekapcsoldst kovetd 12 dra eltelte utan kell végrehajtani,
a szobai fagyvédelmet manudlisan kell letiltani a [2-06] beallitas O értékre allitasaval,
és letiltott allapotban kell TARTANI, amig a betonszaritds véget nem ér. Ezen
figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasa a beton megrepedezéséhez vezet.

MEGJEGYZES
Ahhoz, hogy elindulhasson a padloflitéses betonszaritas, ellenérizze az alabbi

bedllitasok meglétét:
= [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
= [4-01]#1

Lépések

Feltételek: A padl6fiitéses betonkiszaritds program be van éllitva. Lasd: "A
padl6flitéses betonkiszaritas programozasa" [» 236].
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Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden mikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés menibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa” [» 126].

2 |Lépjen az [A.4] pontra: Belizemelés > Betonszaritas. @20
3 |Vdélassza kia Betonszaritds inditasa lehetfséget. Q-0
4 |Vilassza az OK gombot a megerdsitéshez. e

Eredmény: A padloflitéses betonszaritas elindul.
Automatikusan leall, ha elkészilt.

5 | A padléflitéses betonszaritas kézi ledllitasa: —

1 | Nyissa meg a men(t, és lépjen a Betonszaritas Qs -O
ledllitasa menilponthoz.

2 | Vélassza az OK gombot a megerésitéshez. e

A padlofiitéses betonkiszaritas allapotanak leolvasasa

Feltételek: A beton padléflitéses szaritasat hajtja végre.

1 |Nyomja meg a vissza gombot. “«
Eredmény: Megjelenik egy diagram, amely a betonszaritas
program aktudlis [épését, a teljes hatralévd id6t és a kilépd viz
aktudlis kivant h6mérsékletét mutatja.

2 |Nyomja be a bal oldali tekerékapcsoldot a meniszerkezet QO
megnyitdsahoz, illetve:

1 | Az érzékelSk és miikodtetSegységek allapotanak —
megtekintéséhez.

2 | Az aktualis program modositasahoz —

A padléfiitéses (UFH) betonszaritas leallitasa

U3 hiba

Amikor a program hiba vagy az Gzemeltetés leallitdsa miatt ledll, akkor az U3 hiba
jelenik meg a felhasznaldi fellileten. A hibakédok jelentését 1asd:
"14.4 Hibaelharitas a hibakddok alapjan" [» 251].

Aramkimaradds esetén nem jelenik meg az U3 hiba. Az &ramszolgaltatas
helyredllasat kovetéen az egység automatikusan Ujrainditja a legutdbbi lépést,
majd folytatja a programot.

A padloéfiitéses (UFH) betonszaritas leallitasa

A padléfitéses betonszaritds kézi ledllitasahoz:

1 |Lépjen az [A.4.3] pontra: Belizemelés > Betonszaritas —

2 |Vdlassza kia Betonszaritds ledllitdsa lehetdséget. Q-0

3 | Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. e

Eredmény: A padloflitéses betonszaritds leall.

A padlofiitéses betonszaritas allapotanak leolvasasa

Amikor a program hiba, az Uzemeltetés ledllitasa vagy aramkimaradas miatt leall,
leolvashatja a padloflitéses betonszaritas allapotat:
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11 | Belizemelés

Lépjen az [A.4.3] pontra: Belizemelés >Betonszaritas >
Allapot

QN

O

Az érték itt olvashatd le: Megallitva: + a lépés, amelyben a
padlofltéses beton szaritas le lett allitva.

Mddosithatja vagy Ujraindithatja a program végrehajtasat'.

@ Ha a padléfiitéses betonszaritas program aramkimaradas miatt leall, majd az dramellatés

helyreall, a program automatikusan Ujrainditja az utolsoként végrehajtott Iépést.
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12 Atadas a felhasznaldnak

A prébalizem utan, ha az egység megfelel6en mikodik, gy6z6djon meg arrdl, hogy
a felhasznald megértette a kovetkezbket:

= Toltse ki a szerel6i bedllitasok tablazatot (az Uzemeltetési kézikonyvben) a
tényleges beallitasokkal.

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban emlitett URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznalénak, hogyan lehet megfelel6en UGzemeltetni a
rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merl fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

= Magyardzza el a felhasznadlonak az Uzemeltetési kézikonyvben leirt
energiatakarékossagi tippeket.
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13 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
Altalanos karbantartasi/vizsgalati ellendrzdlista. Az ebben a fejezetben szerepld

karbantartasi utasitasok mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista is
elérheté a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek a hasznélata hitelesitést
igényel).

Az altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista az ebben a fejezetben szereplé
utasitasok kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartds soran.

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartast legaldbb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkoz6 szabalyozdsok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

Ebben a fejezetben

13.1  Biztonsagi Ovintézkedések a karbantartdsra VONAtKOZOAN .........ccciiiiiiiiiciccei e
13,2 EVES KATDANTAITAS ..oovvooeeieiiiie st

13.2.1  Kultéri egység éves karbantartdsa: attekintés....

13.2.2  KUltéri egység éves karbantartdsa: ULASITASOK ........oiiiiiiiiiieeeeee s

13.1 Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

@ MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartdsi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

13.2 Eves karbantartas

13.2.1 Kultéri egység éves karbantartasa: attekintés

A kovetkezéket legalabb évente ellendrizni kell:
= Hécseréld

= Vizsz(ir6

= Viznyomas

= Viznyomascsokkentd szelep

= A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsokkentd szelepe
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= Kapcsolddoboz

13.2.2 Kuiltéri egység éves karbantartasa: utasitasok

Hécserélé

A kiltéri egység hdécserélSje eldugulhat a por, szennyez6dés, levelek stb. miatt.
Ajanlott a hBcseréld évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomdashoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

Vizsziir6

Zarja el a szelepet. Tisztitsa meg, és oblitse el a vizsz{rét.

MEGJEGYZES
Bdnjon ovatosan a szlirével. A sz(ir6halé karosodasanak elkerllése érdekében NE

hasznaljon tulsagosan nagy erdt, amikor Ujbdl behelyezi azt.

@
\'4°)

Viznyomas

Ugyeljen ra, hogy a viznyomds mindig 1 bar felett legyen. Ha alacsonyabb, pdtolja a
vizet.
Viznyomascsokkentd szelep

Nyissa meg a szelepet, és ellendrizze, hogy megfelel6en mikodik-e. A viz nagyon
forré lehet!

Az ellenérzési szempontok a kovetkez6k:

= A vizdramlds a nyomascsokkentd szelepbdl elég nagy, valdszindleg nincs dugulas
a szelepben vagy a koztes csdvekben.

= Koszos viz folyik kifelé a nyomascsokkentd szelepbdl:
- nyissa ki a szelepet, amig a kidramlé viz NEM tartalmaz tdbbé szennyez8dést
- Oblitse ki a rendszert

Ezen karbantartas elvégzése gyakrabban ajanlott.

A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsékkent6 szelepe (nem tartozék)

Nyissa ki a szelepet.

VIGYAZAT
Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyo viz esetenként nagyon forré.

= Ellendrizze, hogy nem akaddlyozza-e valami a viz Utjat a szelepben vagy a koztes
csovekben. A nyomdascsokkentd szelepbdl jove vizaramlasnak kelléen erésnek kell
lennie.
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= Ellendrizze, hogy a nyomadscsokkenté szelepbdl kifolyd viz tiszta-e. Has
tormeléket vagy szennyezddést tartalmaz:

- Nyissa ki a szelepet, amig a kidramld viz nem tartalmaz tobbé térmeléket vagy
szennyezddést.

- Oblitse 4t és tisztitsa meg az egész tartdlyt, beleértve a nyomdscsokkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kozotti csoveket.

Ugy gy6z8dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az ellenérzést a
tartdly felf(itési ciklusa utan hajtja végre.

INFORMACIO

®
l Erre a karbantartasra évente tobbszor is ajanlott sort keriteni.

Kapcsolédoboz

= Vizsgalja at alaposan a kapcsoldédobozt, és keressen lathatd hibakat, példaul
meglazult csatlakozdsokat vagy sérult kdbeleket.

= Ohmmérével ellendrizze, hogy jol miikodik-e a KIM, K2M, K3M és K5M védérelé
(a rendszertdl figgben). Ha az dramelldtads Kl van kapcsolva, a véddrelék minden
érintkezésének nyitott helyzetben kell lennie.

FIGYELEM
Ha a belsé huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell

bizni a cseréjét.
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14 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

14.1
14.2
14.3

14.4

ALEEKINTES: HIDABINATTTAS .......voveeveoeeee st

Biztonsagi el6irdsok hibaelharitds esetén ..
Problémak megoldasa tlinetek alapjan..
14.3.1  Jelenség: Az egység NEM fiit vagy hiit kielégitéen

14.3.2  Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant h6mérsékletet
1433  Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)
14.3.4  Jelenség: A rendszer bugyborékold hangokat ad ki a betizemelés utan
14.3.5  Tinet: A szivattyu blokkolva van
14.3.6  Tlnet: A szivattyu zajos (kavitacio)
14.3.7  Tlnet: Kinyit a nyomascsokkenté szelep
14.3.8  Tunet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep
14.3.9  Tinet: A helyiség flitése NEM megfeleld alacsony kiilsé h6mérséklet esetén
14.3.10 Tunet: A ledgazdpontban a nyomds atmenetileg szokatlanul magas
14.3.11 Tunet: A tartaly-fertétlenitési funkcié NEM fejez6dott be megfelel6en (AH-hiba) ...
Hibaelharitas a hibakodok alapjan
14.4.1  Slgdszoveg megjelenitése hibds miikodés esetén
14.4.2 Az egység hibakddjai

14.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

A kovetkez8krél tartalmaz informaciokat:

= Problémak megolddsa tiinetek alapjan

= Problémak megolddsa hibakdodok alapjan

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult
csatlakozadsokat vagy sérult kabeleket.

14.2 Biztonsagi el6irasok hibaelharitas esetén

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgdlna az egység kapcsoldédobozdt, MINDIG ellenérizze, hogy az
egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mieldtt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

SzerelGi referencia-Utmutato
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FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoldeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a kézmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

14.3 Problémak megoldasa tlinetek alapjan

14.3.1 Jelenség: Az egység NEM f(it vagy h(it kielégit6en

Lehetséges okok Teendé

A hémérséklet-beallitas NEM megfelel§ | Ellenérizze a hGmérsékleti beallitasokat
a taviranyiton. Lasd az Gzemeltetési
kézikdnyvet.

A vizaramlas tul lassu Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez&krél:

= A vizkor elzardszelepei teljesen nyitva
vannak-e.

= A vizsz(r§ tiszta-e. Tisztitsa meg, ha

szlkséges.
= Nincs-e leveg6 a rendszerben.
Szikség esetén |égtelenitsen.
Légtelenithet kézi moddszerrel (lasd:
"Kézi légtelenités

végrehajtasa" [» 233]) vagy az
automatikus  légtelenitési  funkcid
hasznalatdval (lasd: "Automatikus
légtelenités végrehajtdsa" [» 234]).

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.
= NEM sérilt a tagulasi tartaly.

= A vizkér ellendllasa NEM nagy a
szivattyl szamara (ldsd az ESP-
gorbét).

Ha a fentiek ellenérzését kovetben a
probléma nem szlinik meg, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazojdval. Bizonyos
esetekben normadlis, ha az egység
lassabb vizaramlds hasznalata mellett

dont.
A rendszerben [évé viz mennyisége Ellendrizze, hogy a rendszer teljes
kevés vizmennyisége meghaladja-e a

szUkséges minimalis vizmennyiséget
(lasd: "8.1.3 A vizmennyiség és az
aramldsi sebesség ellendrzése" [» 75]).
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14.3.2 Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant hémérsékletet

Lehetséges okok

Teendd

Meghibasodott az egyik
tartalyhémérséklet-érzékeld.

A tovébbi teendbkrél az egység
karbantartasi kézikonyvébdl
tajékozodhat.

14.3.3 Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)

Lehetséges okok

Teend6

Az egység a m(ikodési tartomdnyon
kivul Gzemel (tdl alacsony a viz
hémérséklete)

Ha a rendszer tartalmaz kiegészit6
flitéelemet:

Ha a viz h6mérséklete tul alacsony, az
egység el6szor a kiegészité flit6elemmel
igyekszik elérni a minimalis
vizhémérsékletet (15°C).

Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez8krél:

= A kiegészit6 fltSelem tapellatasanak
huzalozdsa megfeleld.

= NEM  aktivalédott a  kiegészitd
flt6elem hévéddje.

= A kiegészit6 flt6elem védéreléi NEM
hibdsodtak meg.

Ha a rendszer NEM tartalmaz
kiegészité flitGelemet:

El6fordulhat, hogy kis viztérfogattal
szUkséges inditani. Ehhez fokozatosan
nyissa meg a hékibocsatokat. Ennek
eredményeképp a vizhémérséklet
fokozatosan emelkedni fog. Figyelje a
belépd viz hGmérsékletét, és
semmiképp NE hagyja 25°C ala
csokkenni.

Ha a fentiek ellenérzését kovetben a
probléma nem szlnik meg, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazéjaval.

A kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos dramra vonatkozo
beadllitasok és az elektromos
csatlakozasok NEM egyeznek

Ennek meg kell felelnie a
kovetkez6kben leirt csatlakozasoknak:

= "93.2 A tapellatas
csatlakoztatdsa" [» 98]

= "9.1.4 Kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos dram" [» 90]

= "9.1.5 Az elektromos csatlakozasok
attekintése a  kuls6 mdkodtetd
egységek kivételével" [» 90]

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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Lehetséges okok Teendd
Az elektromos szolgaltatotol a Az egység felhasznaloi fellletén Iépjen
kedvezményes kWh dijszabas jele az [8.5.B] Informacio > Mikodteto
érkezik egységek >Zaro kontaktus
menUponthoz.

Ha a Zaro kontaktus Be, az egység a
kedvezményes kWh-dijszabasban
Gzemel. Varja meg, hogy Ujra legyen
aram (legfeljebb 2 éra).

A hasznalati meleg viz (beleértve a Mddositsa a programot, hogy a két
fert6tlenitést is) és a térflités Gzemmad | Gzemmadd ne egyszerre induljon el.
a program szerint egyszerre indul el.

14.3.4 Jelenség: A rendszer bugyborékold hangokat ad ki a belizemelés utan

Lehetséges ok Teendé
Levegd van a rendszerben. Légtelenitse a rendszert.”
Helytelen hidraulikus egyensuly. Csak szerel6 végezheti el:

1 Hidraulikus nyomaskiegyenlitést kell
végezni annak érdekében, hogy az
aramlds megfelel6en legyen
elosztva a kibocsatok kozott.

2 Ha a hidraulikus nyomaskiegyenlités

onmagaban nem elegendd,
modositani kell a
szivattyukorlatozasi bedllitdsokat

([9-0D] és [9-0E], ha van).

Kilonbozs hibak. Ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet
kezddképernydjén lathato-e Al vagy AN
jelzés. Tovabbi informaciok a hibardl:
"14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibds
mUkodés esetén" [» 252].

@ Javasoljuk a rendszer légtelenitését az egység légtelenitési funkcidjaval (ezt a szerelének
kell elvégeznie). A hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitésekor tigyeljen a kovetkezbkre:

FIGYELEM
Hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitése. A hdkibocsatok vagy -gy(jték

|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhasznaloi felllet kezd6képernydjén lathato-e
Q vagy &jelzés.

* Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenitést.

® Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez haszndlni kivant szoba megfeleld
szell6zésérdl. Ok: A hiit6anyag beszivaroghat a vizkdrbe, majd a szobdba, amikor
|égteleniti a hékibocsatokat vagy -gydjtéket.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
247




14 | Hibaelharitas

14.3.5 Tunet: A szivattyu blokkolva van

Lehetséges okok

Teendd

Ha az egység hosszu ideig ki volt
kapcsolva, a mész eltomitheti a
szivattyu rotorjat.

A Philips 2. szamu csillagcsavarhizéval
tolja be a rotor blokkoldsmentesitd
csavarjat (0,5 cm-rel). Ezutan forgassa
el6re és hatra a rotor
blokkoldsmentesit§ csavarjat, amig a
rotor elakaddsa meg nem sz(nik."

Megjegyzés: NE hasznaljon tulsdgosan
nagy erét.

@ Ha ezzel a mddszerrel nem tudja megsziintetni a szivattyU rotorjanak elakaddasat, szét kell
szerelnie a szivattyut, és kézzel kell elforgatnia a rotort.

14.3.6 Tunet: A szivattyu zajos (kavitacio)

Lehetséges okok

Teend6

Levegd van a rendszerben

Légtelenitsen kézi mddszerrel (1asd:
"Kézi légtelenités végrehajtasa" [» 233])
vagy az automatikus légtelenitési
funkcio hasznalataval (1asd:
"Automatikus légtelenités
végrehajtasa" [» 234]).

Tul alacsony a szivattyUbemeneten a
viznyomas

Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez8krél:

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.
= Aviznyomas-érzékel§ NEM sérult.
= NEM sérilt a tdgulasi tartaly.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasa jél van
bedllitva (Iasd: "8.1.4 A tagulasi tartdly
elényomasanak médositasa" [» 78]).

14.3.7 Tunet: Kinyit a nyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teendd

A taguldsi tartaly sérilt

Cserélje ki a tdgulasi tartalyt.

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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Lehetséges okok

Teendd6

A rendszerben lévé viz mennyisége tul
sok

Ellendrizze, hogy a rendszer teljes
vizmennyisége nem éri el a
megengedett maximalis vizmennyiséget
(lasd: "8.1.3 A vizmennyiség és az
aramldsi sebesség ellenérzése" [» 75] és
"8.1.4 A tagulasi tartaly el6nyomasanak
modositasa" [» 78]).

A vizkor szerelési szintktlonbsége tul
nagy

A vizkor szerelési szintkllonbsége a
kiltéri egység és a vizkor legmagasabb
pontja kdzotti szintkllonbség. Ha a
kiltéri egység a rendszer legmagasabb
pontja, akkor a szerelési szintkldnbség
0 m. A vizkér maximalis szerelési
szintktlonbsége 5 m.

Ellendrizze a szerelési kdvetelményeket.

14.3.8 Tlnet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teendé6

Valamilyen szennyez&dés zarja el a
viznyomascsokkentd szelepet

Ellendrizze a nyomascsdkkentd szelep
mikodését — forditsa a szelepen 1évé
piros gombot az éramutaté jarasaval

ellentétes iranyba:

= Ha NEM hall kattano hangot, jelezze a
forgalmazoénak.

= Ha az egységhdl tovabbra is omlik a
viz, akkor el6szor zadrja el a
vizbemeneten és a vizkimeneten az
elzaroszelepeket, majd értesitse a
forgalmazot.
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14.3.9 Tunet: A helyiség flitése NEM megfelel§ alacsony kiilsé hémérséklet esetén

Lehetséges okok

Teendd

Ha a rendszer tartalmaz kiegészité
flit6elemet: A kiegészit6 flitéelem nem
aktivalodik

Ellen@rizze a kovetkezbt:

= A kiegészit§ flt6elem mUkodési
Uzemmadja nincs engedélyezve.

Lépjen a [9.3.8] pontra: Szereldi
beallitdasok > Kiegészitd
fitéelem > Uzemeltetés [4-00]

= A kiegészitd fit6elem tuldram esetén
aktivalodd dramkor-megszakitdja be
van kapcsolva. Ha nincs, kapcsolja be.

= NEM  aktivdlédott a  kiegészitd
ft6elem  hévédGje. Ha  igen,

ellenérizze a kovetkezéket, majd

nyomja meg a kapcsolédobozban
taldlhato visszaallitasi gombot:

- Aviznyomast
- Van-e leveg6 a rendszerben

- Alégtelenités miikodését

Ha a rendszer tartalmaz kiegészit6
flt6elemet: A kiegészit6 flit6elem
egyensulyi h6mérséklete nem
megfeleléen lett beallitva

Emelje meg az egyensulyi
hémérsékletet, hogy magasabb kiltéri
hémérséklet esetén Iépjen mikddésbe
a kiegészitd flitGelem.

Lépjen a [9.3.7] pontra: Szereldi
bedllitdsok >Kiegészits
fltbelem>Egyensulyi
homérséklet [5-01]

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitsen kézi vagy automatikus
modszerrel. Lasd a légtelenitési funkcidt
a"11 Belzemelés" [ 229] szakaszban.

A hészivattyu teljesitményének tul nagy
hanyada esik a hasznalati meleg viz
elGallitdsara (csak a hasznalatimelegviz-
tartallyal ellatott rendszerekre
vonatkozik)

Ellenérizze, hogy a Térfilités
elsbObbsége bedllitasai megfelelen
vannak-e konfiguralva:

= Ellenérizze, hogy a Térfltés
elsGbbsége engedélyezve van-e.

Lépjen a [9.6.1] pontra: Szereldi
bedllitasok >
Nyomaskiegyenlitd > Térfités
elsébbsége [5-02]

= Novelje meg a "térflités els6bbségi

hémérsékletét", hogy magasabb
kiltéri hémérséklet esetén Iépjen
mUkodésbe a kiegészitd flitGelem.

Lépjen a [9.6.3] pontra: Szereldi
bedllitasok >
Nyomaskiegyenlité > Eltolas
BSH célhomérséklet [5-03]

SzerelGi referencia-Utmutato
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14.3.10 Tlnet: A ledgazdpontban a nyomas atmenetileg szokatlanul magas

Lehetséges okok

Teend6

Meghibasodott vagy eldugult
nyomascsokkentd szelep.

= Oblitse at és tisztitsa meg az egész
tartalyt, beleértve a nyomascsokkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kdzotti
csoveket.

= Cserélie ki a

szelepet.

nyomascsokkentd

14.3.11 Tunet: A tartaly-fertStlenitési funkcié NEM fejez6dott be megfelel6en (AH-hiba)

14.4 Hibaelharit

Lehetséges okok

Teendé6

A fertétlenités funkcidt megszakitotta a
hasznalati meleg viz hasznalata

A fert6tlenités funkciot ugy
programozza be, hogy az induldsatol
szamitott 4 6ran belll varhatéan NE
torténjen melegvizhasznalat.

A hasznalati melegviz nagyobb mérték(
haszndlata nem sokkal a fert&tlenités
funkcié beprogramozott indulasa el6tt
fejez6dott be

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfiités
mod pontban a Csak uUjramelegités
vagy a Program + Ujramelegités
van kivalasztva, ajanlott a fert&tlenités
funkcid kezdetét legalabb 4 éraval
késébbre allitani az utolsd nagyobb
melegvizhaszndlat vart id6pontjanal. Ezt
az inditast a szerelGi beallitdsoknal
allithatja be (fert6tlenités funkcio).

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfités
mod pontban a Csak programvan
kivalasztva, ajanlott az Gazdasagos
mUvelet beprogramozasa 3 éraval a
fertStlenités funkcio indulasa el6ttre,
hogy elére felmelegitse a tartalyt.

A fert6tlenitési Gzem manudlisan le lett
allitva: a [C.3] Uzemeltetés >
Tartaly ki lett kapcsolva a
fertétlenités soran.

NE allitsa le a tartaly mdkodését a
fertStlenités soran.

as a hibakodok alapjan

Ha az egységen hiba jelentkezik, a kezel6fellleten hibakdd jelenik meg. Fontos,

hogy a hibakdd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat és

megfelel

intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy a helyi forgalmazd

végezheti el.

Ez a fejezet a kezelSfellleten lehetségesen megjelend hibakdédok tobbségével,
valamint azok leirasaval kapcsolatban nyujt attekintést.
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i @

INFORMACIO

Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibas miikodés esetén

Hibds mikodés esetén a sulyossagtdl fliggben a kovetkezd fog megjelenni a

kezdéképernyén:

« L: Hiba

. éfk:hﬂeghibésodés

A kovetkez6képpen jelenithet meg egy rovid és egy hosszu leirast a hibardl:

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba rovid lefrdsa és a
hibakdéd.

1 | Nyomja be a bal oldali tekerékapcsolot a fémen Q-0
megnyitdsahoz, és lépjen a Meghibasodas elemre.

Eredmény: A képerny6n megjelenik a hiba hosszu leirdsa.

2 | Nyomja meg a ? gombot a hibaképernydn. ?

14.4.2 Az egység hibakddjai

°D = Kompresszormodul, Q[ = Hidromodul

Hibakod

Leiras

7H-01

Vizaramlasi hiba

7H-04

Vizaramldasi hiba a hasznalati meleg viz
elgallitasa alatt

7H-05

Vizaramlasi hiba a fités/mintavétel alatt

7H-06

Vizaramldsi hiba a hités/jégmentesités alatt

7H-07

Vizaramldsi hiba. Szivattyu-
blokkolasmentesités aktiv

7H-08

A szivattyu rendellenessége miikodés kozben
(szivattyu visszajelzése)

80-00

Visszatérd vizhomérséklet érzékelb6jének hibaja

81-00

Kilép6 vizhomérséklet érzékel6jének hibaja

81-01

Vegyes vizhOmérséklet-érzékeld
rendellenessége.

89-01

A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivaloddott
jégmentesités kodzben (hiba)

89-02

A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivaloddott
flités/HMV-mikodtetés kozben. (figyelmeztetés)

89-03

DI I O AR O AN DN O AR O RO OAN D4R DA O

A h6cseréld fagyas elleni védelme aktivalodott
jégmentesités kozben (figyelmeztetés)
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14 | Hibaelharitas

Hibakod Leiras

89-05 fj} A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivalddott
hitési lizemmédban. (hiba)

89-06 fi} A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivalddott
hiitési lizemmédban. (figyelmeztetés)

8F-00 j{j A kilépd viz homérséklete rendellenes
mértékben megemelkedik (hasznalati meleg viz)

8H-00 fi} A kilép6 viz hémérséklete rendellenes
mértékben megemelkedik

8H-01 {J) | Tulmelegeds vegyes vizkér

8H-02 {a) | Tulmelegeds vegyes vizkér (termosztat)

8H-03 {J) | Tulmelegeds vizkor (termosztat)

A1-00 £} INullatmenet-észlelési hiba

A5-00 {Tj Kiltéri egység: Nagynyomdsu csucs csokkenési /
fagyvédelmi hiba

AA-01 fj A kiegészit6 flit6elem tulmelegedett, vagy a
kiegészit6 flit6elem tapkabele nincs
csatlakoztatva

AC-00 fj A segédfiitéelem tulmelegedett

AH-00 ]ij A tartaly fert6tlenitési funkcidja nem
fejez6dott be megfelelben

AJ-03 fi} Tul hosszu a hasznalati meleg viz szikséges
felflitési ideje

C0-00 {&) | Aramlasérzékels-hiba

C0-01 {&) | Aramlasérzékels-hiba

C0-02 {&) | Aramlasérzékels-hiba

C4-00 ]fj H6cseréld homérséklet-érzékel6jének hibaja

C5-00 {tj A hGcserélé homérséklet-érzékel6je rendellenes
értéket észlel

CJ-02 fj} Szobahémérséklet-érzékels hibaja

E1-00 {tj Kiltéri egység: hiba a jel panelen

E2-00 {tj Szivargd aram észlelhetd

E3-00 {tj Kiltéri egység: A magasnyomds-kapcsold (MNYK)
aktivaloédott

E3-24 {T} Magasnyomds-érzékeld rendellenessége

E4-00 ) |Rendellenes szivényomas

E5-00 4 [Kiiltéri egység: Az inverter kompresszor
motorja tulmelegedett

E6-00 4 |Kiiltéri egység: Kompresszorinditadsi hiba
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14 | Hibaelharitas

Hibakéd Leiras

E7-00 {ij Kiltéri egység: A kultéri egység
ventilatoranak motorja meghibasodott

E8-00 {tj Kiltéri egység: Aramforras-bemeneti
tulfesziltség

ES-00 {tj Elektronikus szabalyozdszelep meghibasodasa

EA-00 {rj Kiltéri egység: Hltés/flités atkapcsoldjanak
hibaja

EC-00 fj} A tartdly homérséklete rendellenesen
megemelkedik

EC-04 {a) | Tartaly elémelegitése

F3-00 £ [Kiiltéri egység: Az elvezetScsé homérsékleti
hibaja

F6-00 {Tj Kiiltéri egység: Rendellenesen nagy nyomas hito
médban

FA-00 4ij Kiltéri egység: Rendellenesen nagy nyomads,
aktivaloedik a magasnyomds-kapcsolod

HO-00 q{j Kiltéri egység: Fesziltség/aramérzékeld hibaja

H1-00 q{j Kilséhémérséklet-érzékels hibaja

H3-00 q{j Kiltéri egység: Magasnyomds-kapcsold (MNYK)
hibaja

H5-00 « ) |Kompresszor tulterhelésvédelmének
meghibdsodasa

H6-00 L) |Kiiltéri egység: A poziciéészlels érzékeld
hibaja

H8-00 {Tj Kiltéri egység: A kompresszorbemeneti (KB)
rendszer hibaja

H9-00 4{) Kiltéri egység: A kiultéri léghbmérséklet-
érzékel6 hibaja

HC-00 ]Ej Tartalyhémérséklet-érzékeld hibaja

HC-01 ]Ej Masodik tartalyhomérséklet-érzékeld hibaja

HJ-10 fj} Viznyomds-érzékeld rendellenessége

J3-00 qij Kiltéri egység: Az elvezetS6cs6é nyomdoldali
hémérséklet-érzékel6jének hibaja

J6-00 4{) Kiltéri egység: A hGcserélé homérséklet-
érzékel6jének hibaja

16-07 4{) Kiiltéri egység: A h6cseréldé hémérséklet-
érzékel6jének hibaja

18-00 4ij A hitokozeg-folyadék hémérséklet-érzékeldjének
meghibasodasa

JA-00 {tj Kiltéri egység: Magasnyomds-érzékeld hibaja

JA-17 4{) Hit6kozeg nyomasérzékelSjének rendellenessége

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hibakéd Leiras

L1-00 {T} Inverter jel panel meghibasodasa

L3-00 {T} Kiltéri egység: HOmérséklet-emelkedési hiba az
elektromos dobozban

L4-00 {tj Kiltéri egység: Hiba az inverter hitéracsanak
homérséklet-emelkedésében

L5-00 {rj Kiltéri egység: Pillanatnyi tularam az
inverterben (egyendram)

L8-00 {2 |Az inverter jel panel hévédelme altal
kivaltott hiba

L9-00 {T} Kompresszor zarolasanak megakadalyozasa

LC-00 4 ) |Hiba a kiiltéri egység kommunikacids
rendszerében

P1-00 {t} Fazisszakadas, tapellatasi egyensulyhiany

P3-00 ) |[Rendellenes egyenaram

P4-00 {T} Kiltéri egység: A hitéracs homérséklet-
érzékel6jének hibaja

PJ-00 {tj A teljesitménybeallitas nem egyezik

Uo-00 4?} Kiltéri egység: Kevés a hilit6kozeg

U1-00 4{) Fazissorrend hibaja/fazisszakadas miatti
meghibdsodas

U2-00 qij Kiltéri egység: Hiba a tapellatas
feszililtségében

U3-00 fi} A padlofiités betonjanak kiszarité funkcidja
nem fejez6dott be megfelelben

U4-00 £a) |Beltéri/kiiltéri egységek kommunikaciés hibaja

U5-00 {J) |Felhasznaléi feliilet kommunikaciés hibaja

U7-00 4 |Kiiltéri egység: Atviteli hiba a f& CPU és az
INV CPU kozott

U8-02 fi} Megszakadt a kapcsolat a szobatermosztattal

U8-03 £ INincs kapcsolat a szobatermosztattal

U8-04 {a) | Ismeretlen USB-eszkoz

U8-05 {&) |Fajlhiba

U8-06 £a) IMMI/kétzonas készlet kommunikdciés problémaja

Us-07 fi} P1P2 kommunikaciés hiba

U8-09 £ | {version_MMI_software} MMI szoftververzié /
[version_IU modelname] beltéri egység
kompatibilitasi hibaja

us-11 £J) |Vezeték nélkiili atjaréval valé kapcsolat
megszakadt
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Hibakéd Leiras
UA-00 Q Beltéri és kiiltéri egység parositasanak hibaja
UA-17 Q Probléma a tartalytipussal
UF-00 £ ) |Forditott csévezetékezés vagy rossz
kommunikacids huzalozas észlelése.
INFORMACIO

i @

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fert6tlenités funkcid nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkezSket ajanlott tennie:

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmod
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerelGi beallitasoknal allithatja be (fert&tlenités funkcio).

* Amikor a Csak program tzemmadd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mUveletet 3 draval a fert6tlenités funkcié induldsa el6ttre, hogy
el6re felmelegitse a tartalyt.

®

MEGJEGYZES

Ha a minimalis vizaramlas alacsonyabb az alabbi tablazatban megadottnal, az egység
dtmenetileg leadll, és a felhasznaldi felllet a 7H-01 hibat jeleniti meg. Bizonyos id6
utan ez a hiba automatikusan alaphelyzetbe all, és az egység tovabb Gzemel.

Ha az iizemmad... A sziikséges minimalis dramlasi
sebesség...
Hités 10 I/min
Flités 6 |/min
Kiegészitd fltéelem Gzemmdd 12 I/min
Fltés/jégmentesités 12 I/min
DHW 25 |/min
INFORMACIO

i

HA a 89-05-0s vagy 89-06-o0s hiba torténik, ellenérizze a minimalis vizmennyiséget
hités kozben.

i @

INFORMACIO

Az AJ-03 hiba automatikusan visszaall, amint normalis a tartalymelegités.

i @

INFORMACIO

Amennyiben U8-04 hiba adddna, a hiba visszadllithatd a szoftver sikeres frissitése
utan. Ha a szoftvert nem sikerdl frissiteni, bizonyosodjon meg réla, hogy USB-eszkoze
tdmogatja a FAT32 formatumot.

i @

INFORMACIO

Az EC-04 hiba automatikusan vissza lesz éllitva attél a pillanattél, hogy a hasznalati
melegviz-tartaly megfelel6en magas h6mérsékletre el6 van melegitve.

SzerelGi referencia-Utmutato

256

| 4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05



14 | Hibaelharitas

INFORMACIO

Ha a segédflitéelem tulmelegszik, és a rendszer a termosztatikus biztonsag miatt
lekapcsolja, az egység nem ad kozvetlen hibajelzést. Ha az aldbbi hibdk kozul
tapasztal egyet vagy tobbet, ellendrizze, hogy a segédflitéelem még mikodik-e:

i @

= Az erGteljes Uzemeltetés nagyon lassan melegszik be, és megjelenik az AJ-03
hibakaéd.

= A legionella elleni m(ikodés alatt (hetente) megjelenik az AH-00 hibakdd, mert az
egység nem képes elérni a tartaly fertétlenitéséhez sziikséges kért hémérsékletet.

INFORMACIO

A hibas segédflitéelem hatassal van az energiamérésre és az energiafogyasztas-
vezérlbre.

i @

INFORMACIO

A felhasznaldi felllet jelzi, hogyan lehet a hibakddokat visszaallitani.

i @
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15 | Hulladékba helyezés

15 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Ebben a fejezetben

151 Attekintés: HUlLAAEKDA NEIYEZES .........o. oo 258
D52 L@SZIVAEEYUZAS vttt ettt ekt etk etk st R kst h e Rt Rt n kst s et st n ettt 258

15.1 Attekintés: Hulladékba helyezés

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemz&en a kdvetkez§ szakaszokbdl all:
1 Rendszer leszivattyuzasa.
2 Arendszer elszdllitdsa erre szakosodott Gzembe.

INFORMACIO

®
l Tovéabbi informdcidkat a karbantartasi kézikonyvben talalhat.

15.2 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd leszivattylzas
Uzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja az egységet.

{7

) VESZELY: ROBBANASVESZELY
i

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyuzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbbl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas funkciéjat, amellyel
rendszerb6l minden hit6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegsé oOngyulladast és
robbanasr okoz.

® Haszndljon kilon begyljté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
lzemelni.

MEGJEGYZES
Miel6tt eltavolitand a hiit6kozegesoveket a leszivattyuzas lizemmaod soran, allitsa le a

kompresszort. Ha a kompresszor mukaodik, és az elzardszelep nyitva van a
leszivattylzas soran, levegd kerllhet a rendszerbe. A h(it6kozegkorben fellépd
rendellenes nyomas a kompresszor meghibasodasdhoz vagy a rendszer
karosodasdhoz vezethet.
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MEGJEGYZES
Leszivattyuzas el6tt. Az egység automata leszivattyuzdsi funkcidjanak hasznalata

el6tt végezze el a kovetkezd beallitasokat:

= Allitsa be a kovetkez6t: [7-02]=1 (vagy [4.4]: Térfiités/-hiités > Zénak
szama = Kettds zodna)

= Allitsa be a kévetkezét: [C-07]=0 (vagy [2.9]: F6 zéna > Vezérlés = Kiléps
viz)

= Allitsa be a kovetkezSt: [E-08]=0 (vagy [9.F]: Szereldi bedllitasok >
Energiatakarékos funkcid =Nem)

A leszivattyuzasi Gzemmod az dsszes h(it6kozeget kivonja a rendszerbdl, és a kiltéri
egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepfedelet a folyadékelzard szeleprdl és a gazelzaro szeleprdél.
2 Helyezzen egy gy(jt6csovet a gazelzardszelepre.

3 Inditsa el a leszivattylzasi Gzemmaddot a beltéri egység felhasznaldi fellletén:

1. |Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhaszndldi jogosultsagi szint modositasa" [» 126].

2 | Lépjenaz[A.5]: Belizemelés > Leszivattyuzas pontra. Q- O
3 |Vdélassza kia Leszivattyuzas lehetSséget. @0

4 |Vdlassza az OK gombot a megerdsitéshez.

Eredmény: A leszivattylzasi Gzemmad elindul. Automatikusan
ledll, ha elkészilt.

A leszivattyuzdasi Gzemmodd manudlis kikapcsolasahoz: —

1 |Lépjen a menl Leszivattyuzds leadllitasa pontjéra. QO
2 | Vélassza az OK gombot a meger@sitéshez. @s-O

4 5-10 perc utan (nagyon alacsony (<-10°C) kilsé hémérséklet esetén elegendd
1-2 perc is) zarja el a folyadékelzaro szelepet egy imbuszkulccsal.

Ellendrizze a vakuum elérését a gy(jtécsovon.

6 2-3 perc elteltével zdrja el a gazelzarod szelepet, és allitsa le a leszivattyuzasi
Gzemmodot.

Folyadékelzaro-szelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepfedél
Gazelzardszelep

o O n T O
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16 Mszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhetd a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényl§)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

16.1  CSOVEK rajza: KUIEIT @YSEE .. .viuiiiiieiieieeet ettt ettt ettt s et et s ettt es et ettt et eaens 261

16,2 HUZAIOZAST 12JZ: KUIEIT BEYSEE. . eviiirieiiiieieieietetet ettt ettt ettt 263

16.3  ESP-GOIDE: KUIEIT @YSEE .. .. iiieieietiieiet ettt ettt ettt s et a ettt eh et s et e sttt et eb et bttt ettt 272
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16.1 Csovek rajza: Kiltéri egység

EBLA04~08E23V3, EDLA04~08E23V3
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3D139436B
A Hidromodul B1PW Térflités viznyomds-érzékeldje
B Kompresszormodul B1PR H(t6kozeg nyomasérzékelbje
S1PH Magasnyomas-kapcsold

Al Viz BEMENETE (csavarkotés, dugds, 1")

A2 Viz KIMENETE (csavarkotés, dugds, 1") Hémérséklet-érzékelSk (hidromodul):
b Leereszt8szelep (vizkor) R1T Kilépd viz hGcserélbje
¢ Tagulasi tartaly R3T HUit6kozeg-folyadék oldala
d Aramlasérzékels RAT Belépd viz
e Lemezes hécseréld
f Kiegészit6 flitGelem Hémérséklet-érzékel6k (kompresszormodul):
g Automatikus légtelenits szelep R1T Kdultérilevegd
h Biztonsagi szelep R2T Leveg6-hécseréld
i Szivattyu R3T Kompresszor elvezetdje
i Az opcionalis aramlaskapcsold csatlakozdja
k Folyadékelzaro-szelep Hiit6kozeg-aramlas:
I Szlir —— Ftés

m  Elektronikus szabdlyozdszelep = Htés
n Hangtompitd szlrével
o Elosztd Csatlakozok:
p Hécseréls —J— Csavarkétés
q 4 utasszelep —=>— Hollandi anyas kotés
r KiegyenlitStartdly -1 Gyors csatlakozd
s Kompresszor —e— Forrasztott csatlakozo
t Hangtompito
u Gazelzard szelep szervizporttal
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EBLA04~08E2V3, EDLA04~08E2V3

A \ B
[ : ' ; ]
‘ g ‘
‘ o
< €
i h ‘ n ( )
= RI1T [l
a2 Fg_[@ |
| c% :
| a
p
—{H 1 f ‘ e /\\\
— N\
\ Y
@
L7 % —
t
‘ = — \V
‘ 4
T
g |
T . T N '
all pa ﬂﬂ%"ﬂ._ _'9>+[><]_._
L bi—{ |
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A Hidromodul B1PW Térflités viznyomas-érzékelGje
B Kompresszormodul B1PR H(t&kozeg nyomasérzékelbje
S1PH Magasnyomas-kapcsold
al Viz BEMENETE (csavarkotés, dugos, 1")
a2 Viz KIMENETE (csavarkotés, dugos, 1") H6émérséklet-érzékelSk (hidromodul):
b Leereszt8szelep (vizkor) R1T Kilép& viz h6cseréléje
¢ Tagulasi tartaly R3T H(it6kozeg-folyadék oldala
d Aramlasérzékels RAT Belépd viz
e Lemezes hécserél6
f Automatikus légtelenité szelep H6mérséklet-érzékel6k (kompresszormodul):
g Biztonsagi szelep R1T Kdultérilevegd
h Szivattyu R2T Kompresszor elvezetéje
i Az opciondlis dramlaskapcsold csatlakozdja R3T Kompresszor szivésa
j Folyadékelzaro-szelep
k Szlr6 Hiit6kozeg-aramlas:
| Elektronikus szabalyozdszelep —=— Fltés
m Hangtompitd szlrével = Hiités
n Elosztd
o Hdcseréld Csatlakozoék:
p 4 utasszelep —— Csavarkétés
q KiegyenlitStartaly %Z— Hollandi anyés kotés
r Kompresszor —{—  Gyors csatlakozd
s Hangtompité —e— Forrasztott csatlakozd
t Gazelzaro szelep szervizporttal
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16.2 Huzalozasi

rajz: KUltéri egység

Kompresszormodul

Lasd az egységhez mellékelt belsd huzalozasi rajzot (az elllsé lemez belsején). A

hasznalt roviditések az aldbbiak.

A huzalozasi rajzon 1évé szoveg forditdsa:

Angol Forditas
(1) Connection diagram (1) Kapcsolasi rajz
Outdoor Kaltéri
Hydro Hidromodul
(2) Notes (2) Megjegyzések
+ Csatlakoztatds
X1M F& kivezetés

Foldel6vezeték

Nem tartozék

Opcid

A huzalozds a modelltél figg

Kapcsolddoboz

L 1 PCB
D Vvédéfoldelés
Dl | @ Kiilsé vezeték
(3) Legend (3) Jelmagyarazat
*. opcionalis; #: nem tartozék
A1P Hidro készlet f6 PCB-je
AL* Csatlakozd
c* Kondenzator
DB* Egyeniranyité hid
DC* Csatlakozé
Dp* Csatlakozé
E* Csatlakozd
F1U Biztositék T, 6,3 A, 250 V
FU1, FU2 Biztositék T, 3,15 A, 250 V
FU3 Biztositék T, 30 A, 250 V
H* Csatlakozé
IPM* Intelligens arammodul
L Csatlakozé
LED A Ellenérzélampa
L* Fojtotekercs
M1C Kompresszor motor

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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M1F Ventilatormotor
MR* Magneses relé
N Csatlakozo
PCB1 Nyomtatott aramkori kartya (f6)
PS Kapcsoldlzemd tapellatas
QiL H6védd
Q1Dl # | Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd
Q* IGBT
R1T HEmérséklet-érzékels (levegd)
R2T Hémérséklet-érzékels (héeseréld)
R3T Hémérséklet-érzékels (elvezetés)
RTH2 Ellenallas
S Csatlakozé
S1PH Magasnyomas-kapcsold
S2~80 Csatlakozé
SA1 Tulfesziltségvéds
SHM Kapocsléc rogzitett lemez
u,Vv,w Csatlakozdé
V3, V4, V401 Varisztor
X*A Csatlakozé
X*M Kapocsléc
Y1E Elektronikus szabalyozdszelep
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
7*C ZajszUrd (ferritmag)
Z*F Zajszlrd

MEGJEGYZESEK:
1 MIikodés kdzben ne zérja rovidre a S1PH és az Q1L védGeszkozt.

2 Szinek: BLK: fekete; RED: voros; BLU: kék; WHT: fehér; GRN: zold; YLW:
sarga

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3
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Hidromodul

Az elektromos huzalozdsi rajz az egység része, az elllsé szervizfedél belsején

taldlhato.

A huzalozasi rajzon 1év6 szoveg forditdsa:

Angol Forditas
(1) Connection diagram (1) Kapcsolasi rajz
Hydro Hidromodul
Outdoor Kaltéri

IN~, 230V, 3/6 kW

1N~, 230V, 3 kW vagy 6 kW

3N~, 400V, 6/9 kW

3N~, 400V, 6 kW vagy 9 kW

2-point SPST valve

2 pontos SPST-szelep

Booster heater power supply

A segédflitéelem tapelldtdsa

Compressor switch box

A kompresszor kapcsolédoboza

External BUH

Kilsé kiegészité flitGelem

For DHW tank option (only ***)

Opcionadlis HMV-tartaly esetén (csak

***)

For external BUH option

Kils6 kiegészit§ fit6elem opcid esetén

For normal power supply (standard)

Normal tapelldtas esetén (szabvanyos)

For preferential kWh rate power supply
(outdoor)

Kedvezményes kWh-dijszabdsu
elektromos aram esetén (kiltéri)

Hydro SWB power supplied from
compressor SWB

Hidro kapcsolédoboz, amely a
kompresszor kapcsolédobozatdl kap
tapellatast

Normal kWh rate power supply

Normal kWh-dijszabdsu elektromos
aram

SWB

Kapcsolédoboz

Use normal kWh rate power supply for
hydro SWB

Hasznaljon normal kWh-dijszabasu
tapellatast hidro kapcsoldodoboz esetén

(2) Hydro SWB layout

(2) Hidro kapcsolodobozanak
elrendezése

For external BUH model

Kulsé kiegészitd flitéelemes modell
esetén

For internal BUH model

Belsd kiegészitd flitbelemes modell
esetén

Rear Hatsé

(3) Notes (3) Megjegyzések

X1IM F& kivezetés

X2M Helyszini huzalozasi kivezetés AC
csatlakozasokhoz

X3M Kils6 kiegészité flit6elem kivezetése

X4M A segédflitéelem tapellatasanak

kivezetése

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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X5M Helyszini huzalozasi kivezetés DC
csatlakozasokhoz

X9M A belsd kiegészitd flit6elem
tapellatasanak kivezetése

X10M Okoshaldzat kivezetése

——— FoldelSvezeték

——————— Nem tartozék

@ Szamos huzalozasi lehetdség

i | Opcioé

Co A huzalozas a modelltél fiigg

o Kapcsolddoboz

L] PCB

Legend (4) Jelmagyarazat

: opcionalis; #: nem tartozék

A1P F6 PCB

A2P BE/KI termosztat (PC=aramkor)

A3P Hdszivattyu-konvektor

A4P Digitalis KI/BE PCB

A8P Kommunikaciés PCB

Al11P MMI (= 6nallé felhasznalodi felllet,
mellékelt tartozék) — f6 PCB

A13P LAN-adapter

A14P Taviranyitd PCB-je

A15P Fogado PCB-je (vezeték nélkuli BE/KI
termosztat)

CN* (A4P) Csatlakozo

DS1 (A8P) DIP kapcsold

E*P (A9P) Visszajelz6 LED

F1B Tuldram-biztositék a kiegészité
flt6elemhez

F2B Tuldram-biztositék a segédflitéelemhez

F1U, F2U (A4P) Biztositék 5 A 250 V digitélis KI/BE PCB-
hez

K1A, K2A Nagyfesziltségli okoshdldzat reléje

K1M Kapcsold a kiegészit6 flit6elemhez

K3M Segédflit6elem véddérelé

K*R (A4P) PCB reléje

M2P Hasznalatimelegviz-szivattyu

M2S 2 utas szelep h(ités tlzemmaddhoz

SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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M3S 3-jaratu szelep padléfitéshez/haszndlati
meleg vizhez

M4S Szelepkészlet

PC (A15P) Aramforras

PHC1 (A4P) Fénykapcsold bemeneti kor

Q2L A segédf(itéelem hévédéje

QAL Biztonsagi termosztat

Q*DlI Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakito

R1H (A2P) Paratartalom-érzékel§

R1T (A2P) Kornyezetin6mérséklet-érzékels, BE/KI
termosztat

R1T (A14P) Kornyezetihémérséklet-érzékeld
felhasznaldi felllete

R2T (A2P) Kilsé érzékeld (padld vagy kornyezeti)

R5T Hasznalati meleg viz hémérséklet-
érzékelbje

R6T Kilsd beltéri vagy kiltéri
kdrnyezetih6mérséklet-érzékel6

S1L Aramldskapcsold

S1S Kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos dramkor csatlakozdja

$2S Aramfogyasztas-méré 1.
impulzusbemenete

S$3S Aramfogyasztas-méré 2.
impulzusbemenete

S4S Okoshalozat bemenete

S6S~S9S Digitalis aramforrds-korlatozasi
bemenetek

S10S, S11S Kisfeszlltségl okoshaldzat csatlakozdja

SS1 (A4P) Valasztokapcsold

TR1 Tapfeszultség-atalakitd

X4M Kapocsléc (segédfiitéelem tapellatasa)

X8M Kapocsléc (tapellatas a kliensoldalon)

X9M Kapocsléc (beépitett kiegészits
flt6elem tapellatasa)

X10M Kapocsléc (okoshaldzat tapellatasa)

X*, X*A, X*Y Csatlakozd

X*M Kapocsléc

7*C ZajszUrd (ferritmag)

(5) Option PCBs (5) Jel panel opciok

EBLAO04~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Alarm output

Riasztas kimenete

Changeover to ext. heat source

Atéllas kils6 héforrasra

For demand PCB option

Opcionalis kommunikacios PCB-panel
esetén

For digital /O PCB option

Digitalis KI/BE PCB opcio esetén

Max. load

Maximalis terhelés

Min. load

Minimalis terhelés

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Aramforras-korlatozas digitélis
bemenetei: 12 V DC/12 mA jelzés (a
feszlltséget a PCB biztositja)

Options: ext. heat source output, alarm
output

Opcidk: kilsé héforras kimenete,
riasztas kimenete

Options: On/OFF output

Opcidk: BE/KI kimenet

Space C/H On/OFF output

Térh{tés/-f(ités BE/KI kimenete

SWB

Kapcsolédoboz

(6) Options

(6) Opciok

230V AC Control Device

230 V AC feszlltségl vezérlbeszkoz

Continuous

Folyamatos aramer@sség

DHW pump output

Hasznalatimelegviz-szivattyu kimenete

Electric pulse meter input: 12 V DC
pulse detection (voltage supplied by
PCB)

Elektromos impulzusméré bemenete:
12 V DC impulzusjelzés (a feszlltséget a
PCB biztositja)

Ext. ambient sensor option (indoor or
outdoor)

Kilsé kornyezeti érzékeld opcid (beltéri
vagy kultéri)

For cooling mode

HUtési lzemmod esetén

For HP tariff

A h@szivattyu dijszabasa

For HV smartgrid

Nagyfesziltségl okoshaldzat esetén

For LV smartgrid

Kisfeszlltségl okoshaldzat esetén

For safety thermostat

Biztonsagi termosztat esetén

For smartgrid

Okoshaldzat esetén

For *** *E* esetén
Inrush Bedmlési dramerdsség
NO valve Normal nyitott szelep

Only for LAN adapter

Csak a LAN-adapter esetében

Optional for ***

Opcid *** esetén

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos aramkor csatlakozdja:
16 V DC jelzés (a feszlltséget a PCB
biztositja)

Remote user interface

Felhasznaldi felllet

SzerelGi referencia-Utmutato
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Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Biztonsagitermosztat-csatlakozas:
16 V DC jelzés (a fesziltséget a PCB
biztositja)

Smartgrid contacts

Okoshalézati csatlakozok

Smartgrid PV power pulse meter

Okoshalézat fotovoltaikus
impulzusmérgje

SWB

Kapcsolddoboz

(7) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(7) Kuls6 BE/KI termosztatok és
h&szivattyu-konvektor

Additional LWT zone

Kiegészitd kiléps vizhEmérsékleti zona

Main LWT zone

F& kilép6 vizhémérséklet zona

Only for ext. sensor (floor or ambient)

Csak kiils6 érzékels esetén (padlo vagy
kdrnyezeti)

Only for heat pump convector

Csak h@szivattyu-konvektor esetén

Only for wired On/OFF thermostat

Csak vezetékes Be/K| termosztat esetén

Only for wireless On/OFF thermostat

Csak vezeték nélkuli Be/KI termosztat
esetén

Only for ***

Csak *** esetén

Hidromodul — bels6 kiegészit6 flitéelem

A huzalozasi rajzon lév6 szoveg forditdsa:

Angol

Forditas

(1) Connection diagram

(1) Kapcsolasi rajz

For internal BUH option

Beépitett kiegészité flit6elemmel
rendelkezé modelleknél

Hydro Hidromodul

Outdoor Kaltéri

SWB Hidro kapcsolédoboza

(2) Notes (2) Megjegyzések

X1M Kivezetés (f6)

X2M Kivezetés (helyszini huzalozas AC-
csatlakozasokhoz)

X4M Kivezetés (a segédflitéelem tapelldtdsa)

X5M Kivezetés (helyszini huzalozas DC-
csatlakozasokhoz)

X9M Kivezetés (beépitett kiegészits flitGelem
tapelldtdsa)

X10M Kivezetés (okoshaldzat)

—— FoldelSvezeték

——————— Nem tartozék

@) Szamos huzalozasi lehetdség

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLAO4~08E2V3+E23V3
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Opcid

A huzalozds a modelltdl fligg

Kapcsolddoboz

PCB

(3) BUH switch box

(3) A kiegészit fltEelem
kapcsolddoboza

Rear Hatso
(4) Legend (4) Jelmagyarazat
: opciondlis; #: nem tartozék

A1P F6 PCB

A4P Digitalis KI/BE PCB

A8P Kommunikacios PCB

F1B Tularam-biztositék a kiegészité
fltéelemhez

K1A, K2A Nagyfesziltségli okoshdldzat reléje

K1M Biztonsagi kapcsold a kiegészitd
flt6elemhez

K3M SegédflitGelem védérelé

Q1Dl Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakitd

TR1 Tapfesziltség-atalakitod

X4M Kapocsléc (segédfiitéelem tapellatasa)

X6M Kapocsléc (tapellatas a kliensoldalon)

X9M Kapocsléc (beépitett kiegészitd
fltéelem tapellatdsa)

X10M Kivezetés (nagyfesziltség(i okoshaldzat)

X*A Csatlakozé

X*M Kapocsléc

SzerelGi referencia-Utmutato
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Elektromos kapcsolasi rajz

Tovabbi részletekért ellendrizze az egység huzalozasat.

SZABVANYOS ALKATRESZ . ________ Megjegyzések:
KOMPRESSZOR OLDALA
~
XIM: 1-2-3

- Jelkabel esetén: tartson >5 cm tévolsagot a tapkabelekidl

L-N-fold
J

HIDRO OLDALA
4 3\

TAPELLATAS
! Egység thpellatésa:
1230V + foldelés

1
TAPELLATAS i
Csak kedvezményes kWh-dijszabast i | XiN: 128
lizemel6 egység esetén ! !
lormél kWh dijszabdst elektromos dram hidro esetén: I;, 2 mag | “ XoM: 5:6 A1P: X19A
30V ] 20V TAPELLATAS
! NEM TARTOZEK |
P — - ——- 2mag ' 1
| [elekiromos Aramkor csatlakozdja | | el |
|

NEM TAI{TOZEK

i |
A4P: Y1-Y I

! YoM o %H Riaszlésilzés

| Riasztas kimenete 230V

|

! AdP: @lég —HL'Z:%ﬁg—' Kills® héforras (példéul kazan)

| kilsShoforrés-kimenetre H jel

i 2

: e _l+.2:%ﬂ5;| Hites/fités BEKI kimenete

! Hites/fités BE/KI kimenete i 230V

| |

K1A okoshéldzati relé

K2A okoshalozati relé be=========== B e
ég hoshalzatvezo 4 XoM: 12 2mag
! 230V
o
NEMTARTOZEK ___ ____ ______________ X5M: 56 | 22

® |04L biztonsgitemosztat | , 2mag. |\l eepaqer oo 0o | oo B
|
i

'@ Csak EBIDLA" esetén

! Beépitett kiegészitd fiitdelem tépellatésa (3 kW). 3 mag
I g .
1230V + fldelés 4 =_H230v XM: L-N-PE

! (F1B) !

XTM: 56

Aramfogyasztés-mér 2. i

A1P: X6A

A1P: X11A

i
|

|

|

! Homérséklet-érzékeld ¥ X5M: 12
i

3 Véddrelé X3M: 345
|
1 [[Kbon XaM: 12
|
|
i
|
|
i
|
|
i
|

2 ma
AP: Xd5A _HL.:.I:‘-‘.H Araisskapcsold |
Jel
2 mag . . -
X5M: 7-8 —HL-:-I:-ﬂ;;' Kiils6 homérséklet-érzékeld (beltéri vagy kiltéri) |
Jel

Kiilso kiegészitd fiitoelem tapellatasa (3/6/9 kW):
400V vagy 230 V + fold
(F1B)

@ | 23 mag H/If g;emelletéqhez Csak "KRTW esetén (vezetékes szobatermosztdt);
R5T - Homérseklet-érzékeld : i 6 XOM: 30-34- 12mag esa !
izhgmersekise R S o = A2P: XIM: Hekom-F !
i
! I

|

|
]
@ 5 mag HIF izemeltetéshez ~ Csak "KRTR esetén (vezeték nelkili szobatermosztét)

|
| !4 mag csak F 3 rn2 trg:gzék)

| 6.X0M:30-31:34.35 | ! A15P: X1M: F-H-kom % HOY L L A i
I kieg.: XoM: 30-31-342-35 ol XoM: LN [ ikl Ky A
|

|

Csak hdszivatty(-

Segédfiitdelem QL ACLT
XAM: LN + fold

A segédfiitelem tapellatsa (2,4 kW): m

m n - ! [
(ZSZOB\;Holde\es m K3M: 2:4 + fold i@ 6: X2M: 3035 konvektor esetén | Csak @ x|
! e s VEBLA" | |csak EKRTRB esetén
3 utas szelep i 6 65 kieg.: X2M: 34 ! El
|

W3S (ha *KHW van felszereive 3 mag '
Haszr(mé\ati meleg viz - ) v XoM: 12-13-14a
padlofiités kivalasztasa !

X5M: 11-12 A14P: P1-P2 felhasznéldi felilet | Csak tévoli felhasznaldi feliilet esetén

. [
1|1. igény szerint dramforras-korlatozasi 4 -:-:-2 mag 4 AGP: XG0T 15 | A3P: P1-P2 4161 fellet | Csak LAN:
! [oemenet el ! : !
i|ﬁe igénytszerimi aramforras-koratozsi 4 omag, ] Agp: X601M: 25
pemene ol T

WLAN-kazetta

A11P: X1B: P1-P2 felhasznaldi feldlet Opciondis alkatrész EWAYEWYA' esetén

I
I
I

[

[N

| H

}|3. igény szerinti &ramforras-korlatozasi 2mag_ | ABP: XG01M: 35 1!

! bemenet jel i | i
i

I
|

n

m

I

| A11P: X10
1[4 igény szerinti aramforras-korétozasi 2mag | ABP: XB01M: 45 VI | AR ARY==RY
1 [bemenet el \ 1
| 4D139354 B
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16.3 ESP-gorbe: Kultéri egység

Megjegyzés: Amennyiben a rendszer nem éri el a minimalis vizaramlasi sebességet,
aramlasi hiba jelentkezik.

A (kPa)
80
70 (R
60 , !
50 . !
40 : !
i
20 v T
0 R
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
B (I/min)
4D139364
A Kuls6 statikus nyomas
B Vizédramlas sebessége
C Legkisebb dramlas normal Gzemmaddban
D Legkisebb dramlds hitési Gzemmaddban
E Legkisebb dramlas jégmentesitd és kiegészits flitéelem Gzemmaddban

Beépitett kiegészits flitdelemmel:

A (kPa)
80
70 LS
60 . i
50 . :
40 . i
30 : !
20 C DE
10 [ P P
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
B (1/min)
4D139365
A Kilsé statikus nyomas
B Vizédramlas sebessége
C Legkisebb daramlas normal Gzemmaddban
D Legkisebb aramlas hitési tzemmodban
E Legkisebb dramlas jégmentesitd és kiegészité flitéelem tGzemmaddban
Megjegyzések:

= A mikodési tartomanyon kivil es6é dramlas kivélasztdsa karosithatja az egységet,
vagy az egység hibas mikodését okozhatja. Lasd még a legkisebb és legnagyobb
megengedett vizaramlasi tartomanyt a mdszaki leirdsban.

= AvizminGségnek meg kell felelnie az EU 2020/2184-es iranyelvének.
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17 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.

EBLAO4~08E2V3+E23V3 + EDLA04~08E2V3+E23V3 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Daikin Altherma 3 M
4P685228-1B — 2023.05
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettd| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték

Alapértelmezett érték

|

1.4.1 [2-06] Aktivalas R/W 0: Nem
1: Igen

1.4.2 [2-05] Szoba célhémérséklete R/W 4~16°C, fokozat: 1°C
12°C

L— Hém. tart. beallitas

1.5.1 [3-07] Fltési minimum R/W 12~18°C, fokozat: 1°C
12°C

1.5.2 [3-06] Fitési maximum R/W 18~30°C, fokozat: 1°C
30°C

1.6.3 [3-09] Hatési minimum R/W 15~25°C, fokozat: 1°C
15°C

1.5.4 [3-08] Hatési maximum R/W 25~35°C, fokozat: 1°C
35°C

1.6 [2-09] Szobai érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C

1.7 [2-0A] Szobai érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

L Szoba kényelmi célhémérséklete

1.9.1 [9-0A] Ftés kényelmi célhémérséklete RIW [3-07]~[3-06]°C, fokozat: 0,5°C
23°C

1.9.2 [9-0B] Hiités kényelmi célhémérséklete R/W [3-09]~[3-08]°C, fokozat: 0,5°C
23°C

F6 zéna
24 Célhém.mod 0: Absz

1: IF fltés, rogzitett hiités
2: |déjarasfiiggd

|

Futési IF gorbe
.5 [1-00] Alacsony kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémeérsékleti zéna, |R/W -40~5°C, fokozat: 1°C

f(itési IF gorbe. -10°C

.5 [1-01] Magas kérnyezeti hdmérséklet, f6 kiléps vizhmérsékleti zéna, R/W 10~25°C, fokozat: 1°C

fiitési IF gorbe. 15°C

.5 [1-02] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. 2-0C]=0

35°C

2-0C]=1

45°C

2-0C]=2

60°C

.5 [1-03] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0

25°C

[2-0C]=1

35°C

[2-0C]=2

40°C

N

N

N

N

|

Hutési IF gorbe

2.6 [1-06] Alacsony kérnyezeti hémeérséklet, f6 kilépd vizhémeérsékleti zéna, |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
hiitési IF gorbe. 20°C
26 [1-07] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zéna, R/W 25~43°C, fokozat: 1°C
hiitési IF gérbe. 35°C
2.6 [1-08] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zoéna, hiitési IF gérbe. [2-0C]=0
22°C
[2-0C]=1
15°C
[2-0C]=2
22°C
26 [1-09] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zoéna, hiitési IF gorbe. 2-0C]=0
18°C
2-0C]=1
7°C
2-0C]=2
18°C
27 [2-0C] Héleado tipusa RW 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
2.8.1 [9-01] F(itési minimum R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
2.8.2 [9-00] Fiitési maximum R/W ([2- |[2-0C]=2:
0C] #2) |37~70°C, fokozat: 1°C
R/O ([2- |65°C
0C]=2) |[2-0CJ#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
283 [9-03] Hutési minimum R/W 5~18°C, fokozat: 1°C
5°C
2.8.4 [9-02] Hatési maximum R/W 18~22°C, fokozat: 1°C
22°C

N
©
2
=
e
-
&
s
N

[C-07] Vezérlés

1: Klils6 szobatermosztat
2: Szobatermosztat

2A [C-05] Kulsé termosztat tipusa R/W 1: 1 csatlakozd

2: 2 csatlakozé

|

Hémérséklet-kiilonbség

2B1 [1-0B] Fiitési hémérséklet-kilonbség R/W ([2- [3~10°C, fokozat: 1°C

0C] #2) |[2-0C] #2 (Radiator)

R/O ([2- |5°C

0C]=2) |[2-0C] = 2 (Radiator)
1

o

2B.2 [1-0D] Hatési hdmérséklet-kiilonbség R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C

4P685235-1 - 2022.03 (*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettd| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték

Szabalyozas

2.C1 [8-05] Szabalyozas R/W 0: Nem
1: lgen
2.C.2 [8-06] Max. szabalyozas R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
5°C
F6 zéna
: Gorbeeltolasos
Kiegészit6 zéna
3.4 Célhém.méd 0: Absz
1: IF fltés, rogzitett hités
2: ld6jarasfiiggd
[0-00] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, kiegészitd kiléps R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
vizhmérsékleti zona, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
25°C
[2-0C]=1
35°C
[2-0C]=2
40°C
35 [0-01] Kilépé viz érték, alacsony kornyezeti h6mérséklet, kiegészitd R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
kilépd vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
35°C
[2-0C]=1
45°C
[2-0C]=2
60°C
35 [0-02] Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészité kilépd vizhémérsékleti |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
z6na, fiitési IF gorbe. 15°C
35 [0-03] Alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészito kilépd R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
wzhomersekletl zona, fiitési IF gorbe. -10°C
[0-04] Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, kiegészit kiléps R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. 2-0C1=0
18°C
2-0CJ=1
7°C
2-0C1=2
18°C
3.6 [0-05] Kilépé viz érték, alacsony kornyezeti hémérséklet, kiegészitd R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
kilépd vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. [2-0C]=0
22°C
[2-0C]=1
15°C
[2-0C]=2
22°C
3.6 [0-06] Magas kérnyezeti hGmérséklet, kiegészit6 kilépd vizhmeérsékleti |R/W 25~43°C, fokozat: 1°C
z6na, hitési IF gérbe. 35°C
3.6 [0-07] Alacsony kornyezeti hémérséklet, kiegészité kilépd R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. 20°C
[2 0D] Héleadé tipusa R/O 0: Padlsfiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
[9- 05] Fitési minimum 156~37°C, fokozat: 1°C
25°C
382 [9-06] Fatési maximum R/W ([2- |[2-0C]=2:
0C] #2) |37~70°C, fokozat: 1°C
R/O ([2- |65°C
0C]=2) |[2-0CJ#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
383 [9-07] Hatési minimum R/W 5~18°C, fokozat: 1°C
7°C
384 [9-08] Htési maximum R/W 18~22°C, fokozat: 1°C
22°C

Kiegészit6 zéna

3.A [C-06] Termosztat tipusa R/W 1: 1 csatlakozd
2: 2 csatlakozé

L— Hémérséklet-kiilonbség
Fatési homérseklet-kilonbség [2-0D] #2 |[2-0D] #2 (Radiator)

[2-0D] = 2 (Radiator)

10°C
Hatési hdmérséklet-kiilonbség 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C

Kiegészité zéna

3.C IF gérbe tipus R/O 0: 2 pontos
1: Gorbeeltolasos

és/-hiités
L Miikédési tartomany
431 [4-02] Flités kikapcs.hém. R/W 14~35°C, fokozat: 1°C
22°C
432 [F-01] Térhutés kikapcsolasi hémérséklete R/W 10~35°C, fokozat: 1°C
20°C

és/-hiités

4.4 [7-02] Zénak szama R/W 0: Egyetlen zéna
1: Kettés zona
4.5 [F-0D] Szivattyd tizemmod R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés
4.6 [E-02] Géptipus R/W (*1) |0: Valtoztathaté (*1)
R/O (*2) |1: Csak fiités (*2)

(*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3 4P685235-1 - 2022.03
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i bedllitasok
Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
4.7 [9-0D] Szivattylsebesség korlatozasa R/W 0~8, fokozat:1
0 : Nincs korl.

1~4 : 90~60% szivattyl sebessége
5~8 : 90~60%-os szivattylsebesség
mintavétel kézben

6 80% szivatty(i sebessége
és/-hiités

—
™
=
@

4.9 [F-00] Tartomanyon kivili szivattyd R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett

4.A [D-03] Novelés 0°C koril R/W 0: Nem
1: novekedés 2°C, tartomany 4°C
2: névekedés 4°C, tartomany 4°C
3: névekedés 2°C, tartomany 8°C
4: névekedés 4°C, tartomany 8°C

4B [9-04] Tullépés R/W 1~4°C, fokozat: 1°C
1°C

4.C [2-06] Fagymentesités R/W 0: Nem
1: Igen

52 [6-0A] Kényelmi célhémérséklet R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C

53 [6-0B] Gazdasagos célhdmérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

5.4 [6-0C] Ujramelegités célhdmérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Felfités mod R/W 0: Csak tjrameleg.

1: Program + Gjramelegités
2: Csak program
Fertétlenités
571 [2-01] Aktivalas R/W 0: Nem

1: Igen

572 [2-00] MUkodés napja R/W 0: Minden nap

1: Hétfo

2: Kedd

3: Szerda

4: Csutortok

5: Péntek

6: Szombat

7: Vasarnap

573 [2-02] Elindulas ideje R/W 0~23 ¢ra, fokozat éra1l
1
574 [2-03] Tartaly célnémérséklete R/W 60°C

60°C

575 [2-04] Id6tartam R/W 40~60 perc, fokozat: 5 perc
10 perc

|

o
®

& -
o
o
2

[6-0E] Maximum R/W E-07=0

40~60°C, fokozat: 1°C
60°C

E-07=3

40~ 75°C, fokozat: 1°C
75°C

E-07=5

40~ 80°C, fokozat: 1°C
80°C

E-07=7

40~60°C, fokozat: 1°C
60°C

E-07=8

40~ 75°C, fokozat: 1°C
75°C

5.9 [6-00] Hiszterézis R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
8°C

5A [6-08] Ujramelegitési hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C

5B Célhém.méd R/W 0: Absz

1: Id6jarasfuggé

|

IF gorbe

5.C [0-0B] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
55°C

5.C [0-0C] Kilép viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. |RIW Min(45~[6-0E])~ [6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C

5.C [0-0D] Magas kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C

5.C [0-0E] Alacsony kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C

5D [6-01] Kiilénbség R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C

5.E IF gorbe tipus R/O 0: 2 pontos

1: Gorbeeltolasos
Felhasznaloi beallitasok

L Csendes
741 Méd RW 0: KI
1: Manualis
2: Automatikus
743 Szint R/W 0: Csendes

1: Csendesebb
2: Legcsendesebb
Elektromos aram éara

|

751 Magas R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Kozepes R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Alacsony R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

7.6 Gaz ara R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

4P685235-1 - 2022.03 (*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3



5/14

Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettél eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték

elem Alapértelmezett érték
Szerel6i beallitasok

L Beallitas varazslo

L— Rendszer

Kieg. ft. tipusa R/O (*3) |0: Nincs fiitdegység (*4)
R/W (*4) |1. Kulsé fitéegység
2:3V (*3)
9.1.3.3 [E-05] Hasznalati meleg viz R/W E-05=0
[E-06] Nincs HMV
[E-07] E-07=0
EKHWS/E, kis mennyiség
E-07=3
EKHWS/E, big térfogat
E-07=5
EKHWP/HYC
E-07=7
Kiils6 fél altal gyartott, kis méretdi spiral
E-07=8
Kiilsé fél altal gyartott, nagy méretii
spiral

[E-03]

9.1.34 [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis

1: Automatikus

2: Auto Térfiités reduced/ DHW BE
3: Auto Teérfiités reduced/ DHW KI
4: Auto Térfiités normalis/ DHW KI
9.1.3.5 [7-02] Zénék szdma R/W 0: Egyetlen zéna

1: Kettés zéna

9.1.3.6 [E-0D] Glikollal tolt6tt rendszer R/W 0: Nem

1: lgen

9.1.3.7 [6-02] HMV segédfiité kapacitasa R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW

3 kW

9.1.3.8 [C-02] Bivalens R/W 0: NEM

1: Ilgen

924 [D-07] Szolar R/W 0: Nem

1: Igen (HMV)

L Kiegészitd fiitselem
9.1.4.1 [5-0D] Fesziiltség Ujramele |0: 230V, 1~ (*3)
git/O(*3) |1:230V, 3~
Ujramele |2: 400 V, 3~

git/W(*4)
9.1.4.2 [4-0A] Beallitas R/W 0:1V
1:1/1+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 sziikséghelyzetben
9.1.4.3 [6-03] Teljesitmény — 1. fokozat R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
0 kW (*4)
3 kW (*3)
9.1.4.4 [6-04] Kiegészité teljesitmény — 2. fokozat R/W (*4) |0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/O (*3) 0kW (*3)
L F6 z6na
9.1.5.1 [2-0C] Héleado tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9.1.5.2 [C-07] Vezérlés R/W 0: Kilépé viz
1: Kiils6 szobatermosztat
2. Szobatermosztat
9.1.5.3 Célhém.mod RW 0: Absz
1: IF fltés, rogzitett hiités
2: Id6jarasfiiggd
9.1.5.4 Program R/W 0: Nem
1: lgen
9.1.5.5 IF gérbe tipus R/W 0: 2 pontos
1: Gorbeeltolasos
9.1.6 [1-00] Alacsony kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zéna, |R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
fltési IF gorbe. -10°C
9.1.6 [1-01] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zéna, RW 10~25°C, fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 15°C
9.1.6 [1-02] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. 2-0C1=0
35°C
2-0C]=1
45°C
2-0C]=2
60°C
9.1.6 [1-03] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
25°C
[2-0C]=1
35°C
[2-0C]=2
40°C
9.1.7 [1-06] Alacsony kdrnyezeti h6mérséklet, f6 kilép6 vizhémérsékleti zéna, R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
hiitési IF gorbe. 20°C
9.1.7 [1-07] Magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, R/W 25~43°C, fokozat: 1°C
hiitési IF gorbe. 35°C
9.1.7 [1-08] Kilépd viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, hitési IF gorbe. [2-0C]=0
22°C
[2-0C]=1
15°C
[2-0C]=2
22°C

(*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3 4P685235-1 - 2022.03
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i bedllitasok
Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
Alapértelmezett érték
9.1.7 [1-09] Kilépé viz érték, magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. 2-0C]=0
18°C
2-0C]=1
7°C
2-0C]=2
18°C
9.1.8.1 [2-0D] Héleadd tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9.1.8.3 Célhém.méd R/W 0: Absz
1: IF fltés, rogzitett hités
2: |d6jarasfiiggé
9.1.8.4 Program R/W 0: Nem
1: lgen
9.1.9 [0-00] Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, kiegészits kiléps R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
vizhmérsékleti zona, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
25°C
[2-0C]=1
35°C
[2-0C]=2
40°C
9.1.9 [0-01] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hdmérséklet, kiegészitd R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
35°C
[2-0C]=1
45°C
[2-0C]=2
60°C
9.1.9 [0-02] Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészité kilépd vizhémérsékleti |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
z6na, fiitési IF gorbe. 15°C
9.1.9 [0-03] Alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészito kilépd R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. -10°C
9.1.A [0-04] Kilépé viz érték, magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészité kiléps |R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, hiitési IF gorbe. 2-0C]=0
18°C
2-0C]=1
7°C
2-0C]=2
18°C
9.1.A [0-05] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, kiegészitd R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
kilép6 vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. [2-0C]=0
22°C
[2-0C]=1
15°C
[2-0C]=2
22°C
9.1.A [0-06] Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti |[R/W 25~43°C, fokozat: 1°C
z6na, hitési IF gérbe. 35°C
9.1.A [0-07] Alacsony kornyezeti h6mérséklet, kiegészité kilépd R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. 20°C
L— Tartaly
9.1.B.1 [6-0D] Felfités mod R/W 0: Csak ujrameleg.

1: Program + Gjramelegités

2: Csak program

9.1.B.2 [6-0A] Kényelmi célhémérséklet RIW 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C

60°C

9.1.B.3 [6-0B] Gazdasagos célhémérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

9.1.B.4 [6-0C] Ujramelegités célhémérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

9.1.B.5 [6-08] Ujramelegitési hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C

10°C

9.2.1 [E-05] Hasznalati meleg viz R/W E-05=0

[E-06] Nincs HMV

[E-07] E-07=0

EKHWS/E, kis mennyiség

E-07=3

EKHWS/E, big térfogat

E-07=5

EKHWP/HYC

E-07=7

Kiils6 fél altal gyartott, kis méretdi spirdl
E-07=8

Kiilsé fél altal gyartott, nagy méretii
spiral

9.2.2 [D-02] HMV cirkulaciés szivattyd R/W 0: Nincs HMV-szivattyu

1: Azonnali meleg viz

2: Fert6tlenités

3: Keringetés

4: Keringetés és fertétlenités
924 [D-07] Szolar R/W 0: Nem

1: Ilgen (HMV)

9.3.1 [E-03] Kieg. fit. tipusa R/O (*3) |0: Nincs fiitéegység (*4)
R/W (*4) |1. Kilsé fitéegység
. 2: 3V (*3)

9.3.2 [5-0D] Fesziiltség Ujramele |0: 230V, 1~ (*3)

git/o(*3) 1:230V, 3~
Ujramele |2: 400 V, 3~
git/W(*4)
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i bedllitasok
Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
933 [4-0A] Beadllitas R/W 0:1V
1:1/1+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 sziikséghelyzetben
9.34 [6-03] Teljesitmény — 1. fokozat R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
0 kW (*4)
3 kW (*3)
9.35 [6-04] Kiegészit6 teljesitmény — 2. fokozat R/W (*4) |0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/O (*3) |0kW (*3)
9.3.6 [5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészité fiitéelemet (vagy bivalens R/W 0: Nem
rendszer esetén a kiils6 tartalék héforrast) az egyensulyi 1:Igen
hémérséklet felett a térflitéshez?
9.3.7 [5-01] Egyensulyi h6mérséklet R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°Cc
9.3.8 [4-00] Uzemeltetés R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Csak HMV
9.4.1 [6-02] Teljesitmény R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 KW
3 kW
943 [8-03] HMV Segédfiitéelem gazdasagos idézitéje R/W 20~95 perc, fokozat: 5 perc
50 perc
9.4.4 [4-03] Uzemeltetés R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés

3: Kompresszor ki
4: Csak legionella
9.5.1 [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis

1: Automatikus

2: Auto Térfiités reduced/ DHW BE
3: Auto Térfiités reduced/ DHW KI
4: Auto Térfiités normalis/ DHW KI
9.5.2 [7-06] Hésziv. kényszerkikapcsolasa R/W 0: Letiltva

1: Engedélyezve

L— Nyomaskiegyenlif

9.6.1 [5-02] Térflités els6bbsége RW 0: KI
1:BE

9.6.2 [5-03] Elsébbségi h6mérséklet R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Eltolas HMV célhémérséklet RW 0~20°C, fokozat: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Ciklusok kozotti id6 R/W 0~10 ora, fokozat: 0,5 6ra
3 6ra

9.6.5 [8-00] Minimalis miikddési idé R/W 0~20 perc, fokozat: 1 perc
1 perc

9.6.6 [8-01] Maximalis mikodési idé R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
30 perc

9.6.7 [8-04] Kiegészit6 id6zité R/W 0~95 perc, fokozat: 5 perc
95 perc

Szerel6i beallitasok

9.7 [4-04] Vizcs6 befagyasanak megel6zése R/W 0: Foly 1t ivattyumiikodé
1: Nem folyamatos szivattydmuikodés
2: Kl

L Kedvezményes elektromos aram

9.8.2 [D-00] Flités engedélyezése R/W 0: Nem
1: Csak segédfiitéelem
2: Csak kiegészito fiitéelem

3: Osszes
9.8.3 [D-05] Szivattyl engedélyezése R/W 0: Nem
1: Igen
9.8.4 [D-01] Kedvezményes elektromos aram R/W 0: Nem
1: Nyitva
2: Zarva
3: Okoshalézat
9.8.6 Elektromos flitéelemek engedélyezése R/W 0: Nem
1: Igen
9.8.7 Szobapufferelés engedélyezése R/W 0: Nem
1: lgen
9.8.8 Korlat értékének megadasa kW-ban R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
2 kW
L Energiafogyasztas-vezérlé
9.9.1 [4-08] Energiafogyasztas-vezérld R/W 0: Nem

1: Folyamatos
2: Bemenetek
3: Jelenlegi érzékel6k

9.9.2 [4-09] Tipus R/W 0: Amper
1: kW

9.9.3 [5-05] Korlatozas RW 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.4 [5-05] Korlatozas 1 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.95 [5-06] Korlatozas 2 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.6 [5-07] Korlatozas 3 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.7 [5-08] Korlatozas 4 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.8 [5-09] Korlatozas R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.9 [5-09] Korlatozas 1 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.A [5-0A] Korlatozas 2 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.B [5-0B] Korlatozas 3 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.C [5-0C] Korlatozas 4 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.D [4-01] Els6bbségi fitdelem R/W 0: Nincs

1: HMV segédfiitéelem
2: Kiegészité flitéelem

(*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3 4P685235-1 - 2022.03
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i bedllitasok
Navigacios Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
Alapértelmezett érték
9.9.F [7-07] BBR16 aktivalas* R/W 0: Nem
* A BBR16-bedllitasok csak akkor lathatok, ha a felhasznaloi 1: lgen

fellilet nyelve svéd.
Energiamérés
9.A1 [D-08] Aramfogyasztas-méré 1 R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1 imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
9.A2 [D-09] Aramfogyasztas-méré 2 / PV meter R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1 imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
6: 100 imp./kWh (PV meter)
7: 1000 imp./kWh (PV meter)

|

Erzékelsk
9.B.1 [C-08] Kiils6 érzékel6 R/W 0: Nem
1: Kiiltéri
2: Szoba
9.B.2 [2-0B] Kiils6 érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Atlagolasi idé RW 0: Nem
1:12 6ra
2: 24 ¢6ra
3:48 ¢ra
4. 72 ora
9.C.1 [C-02] Bivalens R/W 0: NEM
1: lgen
9.C.2 [7-05] kazan haték. R/W 0: Nagyon magas
1: Magas
2: Kdzepes
3: Alacsony
4: Nagyon alacsony
9.C.3 [C-03] Hémérséklet R/W -25~25°C, fokozat: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hiszterézis R/W 2~10°C, fokozat: 1°C
3°C
9.D [C-09] Riasztas kimenete R/W 0: Abnormalis
1: Normal
9.E [3-00] Automatikus Ujrainditas R/W 0: Manualis
1: Automatikus
9.F [E-08] Energiatakarékos funkcio R/W 0: Nem
1: Igen
9.G Védelmek letiltasa RW 0: Nem
1: Igen
9.l [0-00] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, kiegészitd kiléps |R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
25°C
[2-0C]=1
35°C
[2-0C]=2
40°C
9.l [0-01] Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti h6mérséklet, kiegészitd R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
kilépd vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gorbe. [2-0C]=0
35°C
[2-0C]=1
45°C
[2-0C]=2
60°C
9.l [0-02] Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészito kilépd vizhémérsékleti |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
z6na, fiitési IF gorbe. 15°C
9.l [0-03] Alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészito kilépd R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. -10°C
9.l [0-04] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, kiegészito kiléps |R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe. 2-0C]=0
18°C
2-0C]=1
7°C
2-0C]=2
18°C
9.1 [0-05] Kilépé viz érték, alacsony kornyezeti hémérséklet, kiegészitd R/W [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C
kilép6 vizhémérsékleti zéna, hiitési IF gorbe. [2-0C]=0
22°C
[2-0C]=1
15°C
[2-0C]=2
22°C
9.l [0-06] Magas kornyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépé vizhémérsékleti |R/W 25~43°C, fokozat: 1°C
z6na, hitési IF gérbe. 35°C
9.l [0-07] Alacsony kdrnyezeti h6mérséklet, kiegészité kilépd R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, hiitési IF gorbe. 20°C
9.l [0-0B] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
55°C
9.l [0-0C] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti h6mérséklet, HMV IF gorbe. R/W Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
9.l [0-0D] Magas kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Alacsony kornyezeti h6mérséklet, HMV IF gérbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
9.l [1-00] Alacsony kornyezeti hémeérséklet, f6 kilépd vizhémeérsékleti zéna, |R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
fitési IF gorbe. -10°C
9.l [1-01] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zéna, R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 15°C

4P685235-1 - 2022.03 (*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3
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Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i bedllitasok

Helyszini beallitasok tablazata

Navigacios
elem

Beadllitas neve

Tartomany, fokozat
Alapértelmezett érték

Datum

Erték

9.1

[1-02]

Kilépé viz érték, alacsony kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe.

R/W

[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
[2-0C]=0

35°C

[2-0C]=1

45°C

[2-0C]=2

60°C

9.l

[1-03]

Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe.

R/W

[9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat:

[2-0C]=0
25°C
[2-0C]=1
35°C
[2-0C]=2
40°C

9.1

9.l

[1-04]

[1-05]

A f6 kilépd vizhémeérsékleti zona id6jarasfiiggd hitése.

A kiegészité kilépd vizhmérsékleti zéna id6jarasfiiggs hiitése

R/W

R/W

0: Letiltva
1: Engedélyezve
0: Letiltva
1: Engedélyezve

9.1

9.l

[1-06]

[1-07]

Alacsony kornyezeti h6mérséklet, f6 kilép6 vizhémeérsékleti zona,
hiitési IF gorbe.

Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zéna,
hiitési IF gorbe.

R/W

R/W

10~25°C, fokozat: 1°C
20°C
25~43°C, fokozat: 1°C
35°C

9.1

9.1

[1-08]

[1-09]

Kilép6 viz érték, alacsony kdrnyezeti h6mérséklet, f6 kilépo
vizhémérsékleti zéna, hiitési IF gorbe.

Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd
vizhémérsékleti zona, hiitési IF gorbe.

R/W

R/W

[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
[2-0C]=0

22°C

[2-0C]=1

15°C

[2-0C]=2

22°C

[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C
2-0C1=0

18°C

2-0C]=1

7°C

2-0C|=2

18°C

9.l

9.1

9.1

9.1

[1-0A]

[1-0B]

[1-0C]

[1-0D]

Mennyi a kiiltéri hémérséklet atlagolasi ideje?

Mi a kivant fiitési hémérséklet-kiilénbség a f6 zénaban?

Mi a kivant fiitési hémérséklet-kiilonbség a kiegészité zonaban?

Mi a kivant hitési hémérséklet-kiilonbség a f6 zénaban?

R/W

RIW ([2-
0C] #2)
RIO ([2-
oc]=2)

[2-0D] #2
RIW
[2-0D] =2
RIO

R/W

0: Nem

1:12 6ra

2: 24 ¢6ra

3:48 ¢ra

4:72 6ra

3~10°C, fokozat: 1°C
[2-0C] #2 (Radiator)
5°C

[2-0C] = 2 (Radiator)
10°C

[2-0D] #2 (Radiator)

3~10°C, fokozat: 1°C

5°C

[2-0D] = 2 (Radiator)
10°C

3~10°C, fokozat: 1°C
5°C

9.1

9.1

[1-0E]

[2-00]

Mi a kivant hltési h6mérséklet-kiilonbség a kiegészité zonaban?

Mikor kivanja végrehaijtani a fertétlenités funkciot?

R/W

R/W

3~10°C, fokozat: 1°C
5°C

Minden nap

Hétf6

Kedd

Szerda

Csiitortok

Péntek

Szombat
Vasarnap

9.1

9.l

[2-01]

[2-02]

Kivanja végrehajtani a fert6tlenités funkciot?

Mikor kivanja elinditani a fert6tlenités funkciot?

R/W

R/W

Nem
Igen
0~23 6ra, fokozat 6rat
1

2NN O

9.1

[2-03]

Mekkora a fert6tlenitési célhdmérséklet?

R/W

60°C
60°C

[2:04]

Mennyi ideig legyen fenntartva a tartalyhémérséklet?

R/W

40~60 perc, fokozat: 5 perc
10 perc

9.1

[2-05]

Szoba fagymentesitési hémérséklete

R/W

4~16°C, fokozat: 1°C
12°C

9.l

[2-06]

Szobai fagyvédelem

R/W

0: Nem
1: Igen

9.1

[2-09]

Az eltolas beallitasa a mért szobahémérsékleten

R/W

-5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

9.

[2-0A]

Az eltolas bedllitdsa a mért szobahémérsékleten

R/W

-5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

9.1

[2-0B]

Mennyi a sziikséges eltolas a mért kiiltéri hémérsékleten?

R/W

-5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

9.l

9.1

9.1

[2-0C]

[2-0D]

[2-0E]

Milyen héleadé van kétve a f6 (1.) kilép6 vizhém. zénahoz?

Milyen héleadé van csatlak. a kiegészité kilépd vizhém. zénahoz?

Legfeljebb mekkora erésségii aram lehet hészivattyaban?

R/W

R/W

R/W

Padléfiités
Klimakonvektor
Radiator
Padlofiités
Klimakonvektor
Radiator

20~50 A, fokozat: 1 A
50 A

N=2ov2e

[3-00]

[3-01]
[3-02]

Engedélyezett a berendezés automatikus Ujraindulasa?

R/W

R/W
R/W

0: Manualis
1: Automatikus
L]

[3-03]

R/W

[3-04]

RW

N A& -

[3-05]
[3-06]

Mekkora a maximum kivant szobahémérséklet fiités esetén?

R/W
R/W

1
18~30°C, fokozat: 1°C
30°C

(*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3
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9.l [3-07] Mekkora a minimum kivant szobahémérséklet flités esetén? R/W 12~18°C, fokozat: 1°C
12°C
9.l [3-08] Mekkora a maximum kivant szobahémérséklet hltés esetén? R/W 25~35°C, fokozat: 1°C
35°C
9.1 [3-09] Mekkora a minimum kivant szobahémérséklet hiités esetén? RW 15~25°C, fokozat: 8;5 1°C
15°C
9.1 [3-0A] Mi a szivattyimodell? R/O 0: szivattyd model 0
1: szivattyd model 1
9.1 [4-00] Mi az elektromos rasegité fiités izemmaodja? R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Csak HMV
9.l [4-01] Melyik elektromos fiitéelem kapjon elsébbséget? R/W 0: Nincs
1: HMV segédfiitéelem
2: Kiegészit6 fiitéelem
9.l [4-02] Mekkora kiiltéri h6mérséklet alatt engedélyezett a fltés? R/W 14~35°C, fokozat: 1°C
22°C
9.l [4-03] Segédfiitéelem miikédési jogosultsaga. R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés
3: Kompresszor ki
4: Csak legionella
9.l [4-04] Vizcsé befagyasanak megelézése R/W 0: Foly ivattyamiikodé
1: Nem folyamatos szivattyamuikodés
2: Kl
9.l [4-05] - L]
9.1 [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus
2: Auto Térfiités reduced/ DHW BE
3: Auto Térfiités reduced/ DHW KI
4: Auto Térfiités normalis/ DHW KI
9.l [4-07] - 3
9.l [4-08] Mely aramforras-korlat. moéd sziikséges a rendszerben? R/W 0: Nem
1: Folyamatos
2: Bemenetek
3: Jelenlegi érzékel6k
9.l [4-09] Mely. aramforras-korlat. tipus szlikséges? R/W 0: Amper
1: kKW
9.l [4-0A] Kiegészit6 flitéelem beallitasa R/W 0:1V
1:1/1+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 sziikséghelyzetben
9.l [4-0B] Automatikus hiités/fiités valtas hiszterézise. R/W 1~10°C, fokozat: 0,5°C
1°C
9.1 [4-0D] Automatikus hiités/flités valtas eltolasa. R/W 1~10°C, fokozat: 0,5°C
3°C
9.l [4-0E] = 6
9.l [5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészité flitéelemet (vagy bivalens R/W 0: Nem
rendszer esetén a kiils6 tartalék héforrast) az egyensulyi 1: Igen
hémérséklet felett a térflitéshez?
9.l [5-01] Mekkora az egyensulyi hémérséklet az épiilet esetében? R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C
9.l [5-02] Térfités elsébbsége. R/W 0: Kl
1: BE
9.l [5-03] Térf(ités els6bbségi hémérséklete. R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C
9.l [5-04] A hasznalati meleg viz célhémérsékletének korrekcioja. R/W 0~20°C, fokozat: 1°C
10°C
9.l [5-05] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9.l [5-06] Mi a kért korlat digitalis bemenet 2 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9.1 [5-07] Mi a kért korlat digitalis bemenet 3 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9.l [5-08] Mi a kért korlat digitélis bemenet 4 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9.l [5-09] Mi a kért korlat digitdlis bemenet 1 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9. [5-0A] Mi a kért korlat digitélis bemenet 2 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0B] Mi a kért korlat digitdlis bemenet 3 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0C] Mi a kért korlat digitélis bemenet 4 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0D] Kiegészité flitéelem feszliltsége Ujramele |0: 230V, 1~ (*3)
git/O("3) 1:230V, 3~
Ujramele |2: 400 V, 3~
git/W(*4)
9l [5-0E] - 1
9.l [6-00] A hészivattyd BE hémérsékletét meghatarozé hémérséklet- R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
kiilonbség. 8°C
9.l [6-01] A hészivattya KI hémérsékletét meghatarozé hémérséklet- R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
kilénbség. 2°C
9.l [6-02] Mekkora a teljesitménye a HMV segédfiitéelemnek? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW
9.l [6-03] Mekkora a teljesitménye az kiils6 kieg. fiités 1.fok.anak? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
0 kW (*4)
3 kW (*3)
9.l [6-04] Mekkora a teljesitménye az kiils6 kieg. fiités 2.fok.anak? R/W (*4) |0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/O (*3) |0kW (*3)
9.l [6-07] - 0
9.l [6-08] Milyen hiszterézist hasznal az Ujramelegités izemmddhoz? R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C
9l [6-09] - 0
9.l [6-0A] Mekkora a kivant kényelmi betarolasi hémérséklet? R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
9.l [6-0B] Mekkora a kivant gazdasagos betarolasi hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

4P685235-1 - 2022.03 (*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3
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9.l [6-0C] Mekkora a kivant Gjramelegitési hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
9.l [6-0D] Mi a kivant célhémérséklet méd a hasznalati melegvizre? R/W 0: Csak Ujrameleg.
1: Program + Gjramelegités
2: Csak program
9.1 [6-0E] Mi a maximum célhémérséklet? R/W E-07=0
40~60°C, fokozat: 1°C
60°C
E-07=3
40~ 75°C, fokozat: 1°C
75°C
E-07=5
40~ 80°C, fokozat: 1°C
80°C
E-07=7
40~60°C, fokozat: 1°C
60°C
E-07=8
40~ 75°C, fokozat: 1°C
75°C
9.l [7-00] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének tullépési R/W 0~4°C, fokozat: 1°C
hémérséklete. 0°C
9.1 [7-01] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének hiszterézise. R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
2°C
9.l [7-02] Hany kiilonb6z6 kilépd vizhmeérséklet zona szilkséges? R/W 0: Egyetlen z6na
1: Kettés zona
9.l [7-03] - 25
9.l [7-04] - 0
9.l [7-05] Kazén haték. R/W 0: Nagyon magas
1: Magas
2: Kdzepes
3: Alacsony
4: Nagyon alacsony
9.1 [7-06] Hosziv. kényszerkikapcsolasa R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [7-07] BBR16 aktivalas* R/W 0: Nem
* A BBR16-bedllitasok csak akkor lathaték, ha a felhasznaléi 1: Igen
fellilet nyelve svéd.
9.1 [7-09] Mennyi a szivattyi minimalis PWM-értéke? R/W 20%
9.l [7-0A] Kiegészité zéna szivattyljanak régzitett PWM-je, ha kétzénas R/W 20~95%, fokozat 5%
készlet van beszerelve. 95%
9.l [7-0B] F& zona szivattyujanak rogzitett PWM-je, ha kétzonas készlet van [R/W 20~95%, fokozat 5%
beszerelve. 95%
9.l [7-0C] Kever6szelep egyik oldalrél a masikra fordulasahoz szilkséges R/W 20~300 masodperc, fokozat: 5 masodperc
id6, ha kétzénas készlet van beszerelve. 125 masodperc
9.l [8-00] A hasznélati meleg viz eléallitasanak legkisebb lizemideje. R/W 0~20 perc, fokozat: 1 perc
1 perc
9.l [8-01] A hasznalati meleg viz el6allitasanak legnagyobb lizemideje. R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
30 perc
9.1 [8-02] Ciklusok kozotti idotartam. RW 0~10 ora, fokozat: 0,5 éra
3 6ra
9.1 [8-03] Segédfiitéelem késleltetési idozitdje. R/W 20~95 perc, fokozat: 5 perc
50 perc
9.l [8-04] A maximalis futasi id6 kiegészit6 futasi ideje. R/W 0~95 perc, fokozat: 5 perc
95 perc
9.l [8-05] Enged id&jarasfiiggd eléremend haszn.-at a szoba vezérléséhez? R/W 0: Nem
1: Igen
9.l [8-06] A kilép6 vizhémérséklet maximalis szabalyozasa. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
5°C
9.l [8-07] Mekkora a kért kényelmi vizhém. a 6 (1.) zénaban hitésben? R/W [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C
18°C
9.l [8-08] Mekkora a kért gazdasagos viz- hém. a f6 (1.)zénaban hiitésben? |R/W [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C
20°C
9.1 [8-09] Mekkora a kért kényelmi vizhém. a 6 (1.) zénaban fiitésben? R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
35°C
9.l [8-0A] Mekkora a kért gazdasagos viz- hém. a f6 (1.)zénaban fiitésben? |R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] = 16
9.l [9-00] Mekkora a maximum kivant kilépd vizhém. a f6 zonaban R/W ([2- |[2-0C]=2:
flitésben? 0C] #2) |37~70°C, fokozat: 1°C
R/O ([2- |65°C
0C]=2) |[2-0CJ#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
9. [9-01] Mekkora a minimum kivant kilép6 vizhmérséklet a f6 zonaban R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
fiités esetén? 25°C
9.1 [9-02] Mekkora a maximum kivant kilép6 vizhém. a f6 zénaban R/W 18~22°C, fokozat: 1°C
hiitésben? 22°C
9.l [9-03] Mekkora a minimum kivant kilép6 vizhmérséklet a f6 zonaban R/W 5~18°C, fokozat: 1°C
hiités esetén? 5°C
9.1 [9-04] A kilép6 vizhémérséklet tullépési hémérséklete. R/W 1~4°C, fokozat: 1°C
1°C
9.l [9-05] Mekkora a minimum kivant kilépd vizhémérséklet a kiegészitd R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
zénéban fiités esetén? 25°C
9.1 [9-06] Mekkora a maximum kivant kilép6 vizhém. a 2. zénaban R/W ([2- |[2-0C]=2:
fltésben? 0C] #2) |37~70°C, fokozat: 1°C
R/O ([2- |65°C
0C]=2) |[2-0CJ#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
9.1 [9-07] Mekkora a minimum kivant kilépd vizhémérséklet a kiegészitd R/W 5~18°C, fokozat: 1°C
zbénaban hiités esetén? 7°C
9.l [9-08] Mekkora a maximum kivant kilépd vizhém. a 2. zénaban R/W 18~22°C, fokozat: 1°C
hiitésben? 22°C

(*1) EBLA*_(*2) EDLA*_(*3) *23V3_(*4) *2V3
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9.l [9-09] Mennyi a megengedett negativ irdnyu eltérés a kiléps R/W 1~18°C, fokozat: 1°C
vizhémérséklet esetében a hiités inditasakor? 18°C
9.l [9-0A] Mekkora a szobapufferelési hémérséklet fltés esetén? R/W [3-07]~[3-06]°C, fokozat: 0,5°C
23°C
9.l [9-0B] Mekkora a szobapufferelési hémérséklet hiités esetén? R/W [3-09]~[3-08]°C, fokozat: 0,5°C
23°C
9.1 [9-0C] Szobahémérséklet hiszterézise. RW 1~6°C, fokozat: 0,5°C
1°C
9.l [9-0D] Szivattylsebesség korlatozasa R/W 0~8, fokozat:1
0 : Nincs korl.
1~4 : 90~60% szivattyl sebessége
5~8 : 90~60%-0s szivattyusebesség
mintavétel kézben
6 80% szivatty sebessége
9. [9-0E] - 6
9.1 [C-00] Hasznalati fiitéviz elsébbsége. R/W 0: Napkollektoros melegités elsébbsége
1: Hoszivattyu els6bbsége
9.l [C-01] - 0
9.l [C-02] Van egyéb kiils6 rasegito fiités csatlakoztatva? R/W 0: NEM
1: Igen
9.l [C-03] Bivalens aktivalas hémérséklete. R/W -25~25°C, fokozat: 1°C
0°C
9.l [C-04] Bivalens hiszterézis h6mérséklete. R/W 2~10°C, fokozat: 1°C
3°C
9.1 [C-05] Mi a fiitési kérés kapcsolattipusa a f6 zénara? R/W 1: 1 csatlakozd
2:2 6
9.l [C-086] Mi a flitési kérés kapcsolattipus a kieg.zénara? R/W 1: 1 csatlakozd
2: 2 csatlakozé
9.1 [C-07] Mi az egységvezérlési méd a helyiség lizemméd esetében? R/W 0: Kilépd viz
1: Kiils6 szobatermosztat
2: Szobatermosztat
9.l [C-08] Milyen tipusu kiils6 érzékeld van beszerelve? R/W 0: Nem
1: Kiiltéri
2: Szoba
9.l [C-09] Milyen a sziikséges riasztasi kimenet kapcsolattipus? R/W 0: Abnormalis
1: Normal
9.1 [C-0A] - 0
9.l [C-0B] - 0
9. [C-0C] - L]
9.l [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - L]
9.1 [D-00] Melyik flitbegység enged., ha a kedv. kWh tapell. kikapcs.? R/W 0: Nem
1: Csak segédfiitéelem
2: Csak kiegészito fltéelem
3: Osszes
9.l [D-01] A kedvezményes kWh dijszabasu betap kapcsolattipusa? R/W 0: Nem
1: Nyitva
2: Zarva
3: Okoshalézat
9.1 [D-02] Milyen tipust HMV cirkulaciés szivattyd van beépitve? R/W 0: Nincs HMV-szivatty(
1: Azonnali meleg viz
2: Fert6tlenités
3: Keringetés
4: Keringetés és fertétlenités
9.1 [D-03] Kilépd vizhémérséklet kompenzacios értéke koriilbeliil 0°C. R/W 0: Nem
1: novekedés 2°C, tartomany 4°C
2: névekedés 4°C, tartomany 4°C
3: névekedés 2°C, tartomany 8°C
4: névekedés 4°C, tartomany 8°C
9.l [D-04] Van kommunikéciés panel csatlakoztatva? R/W 0: Nem
1: Energiaf.-vez.
9.l [D-05] Enged. szivattyl miikodése, ha a kedv. kWh tapell. kikapcs.? R/W 0: Nem
1: Igen
9.l [D-07] Van szolarkészlet csatlakoztatva? R/W 0: Nem
1: Igen (HMV)
9. [D-08] Van kiilsé kWh-méré az energia méréséhez? R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1 imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
9.l [D-09] Van kiilsé kWh-méré az energia méréséhez, kWh-mér6 az R/W 0: Nem
okoshalozathoz? 1: 0,1 imp./kWh
2: 1 imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
6: 100 imp./kWh (PV meter)
7: 1000 imp./kWh (PV meter)
9l [D-0A] - 2
9l [D-0B] - 2
9.l [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9l [D-0E] - 0
9.1 [E-00] Milyen tipust egység van beszerelve? R/O 0~5
2: Monoblokk
9.l [E-01] Milyen tipust kompresszor van beszerelve? R/O []
9.1 [E-02] Mi a beltéri egység szoftverének tipusa? R/W (*1) |0: Valtoztathaté (*1)
R/O (*2) |1: Csak fiités (*2)
9. [E-03] Hany fokozatl a kiegészité fites? R/O (*3) |0: Nincs fiitéegység (*4)
R/W (*4) |1. Kilsé fiitéegység
2:3V (*3)
9.l [E-04] Az energiatakarékossag funkcio elérhetd a kiiltéri egységen? R/O 0: Nem
1:Igen
9.1 [E-05] Képes a rendszer hasznélati melegvizet késziteni? R/W 0: Nem
1: Igen
9l [E-06] - 1

4P685235-1 - 2022.03
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9.l [E-07] Milyen tipusi HMV-tartaly van beszerelve? R/W 0~8

0 OSO-tartaly 150/180

1 FS kieg. fitéelemmel

2 FS HMV segédfitével

3 OSO-tartaly 200/250/300

4 Rotex HMV segédfiité nélkil (HYB)

5 Rotex HMV segédfiitével

6 Kiils6 gyartotdl szarmazo tartaly HYB-

hez
7 Kiilsé gyartétol szarmazé tartaly, spiral
>=1,06m2
8 Kiils6 gyartotdl szarmazo tartaly, spiral
>=1,8m2

9.l [E-08] A kiiltéri egység energiatakarékos funkcidja. R/W 0: Nem
1: Igen

9.l [E-09] - 1

9.l [E-0B] Van kétzona szett beépitve? R/W 0: NINCS felszerelve
2: Kétzdnas készlet van beszerelve

9.l [E-OC] Milyen tipust kétzénas készlettel rendelkezé rendszer van R/W 0: Hidraulikus levalaszto

beszerelve? nélkiil/kozvetlen szivattyd nélkiil

1: Hidraulikus levalasztéval/kézvetlen
szivattya nélkdil
2: Hidraulikus levalasztéval/kézvetlen

szivattyaval
9.l [E-OD] A rendszer glikollal van feltoltve? R/W 0: Nem
1: lgen
9.l [E-OE] - 0
9.l [F-00] Szivattyimiikddés engedélyezett a tartomanyon kiviil. R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
9.1 [F-01] Mekkora killtéri hémérséklet felett engedélyezett a hiités? R/W 10~35°C, fokozat: 1°C
20°C
9. [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9.l [F-04] = 0
9.l [F-05] - L]
9.1 [F-09] Szivattydmiikddés aramlasi rendellenesség kozben. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [F-0A] - 0
9.l [F-0B] - RIW 0
9.l [F-0C] - RIW 1
9.1 [F-0D] Mi a szivattyu (izemmaodja? R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés
sai
Beszerelt kétzénas készlet R/W 0: NINCS felszerelve

1:-

2: Kétzoénas készlet van beszerelve
9.P.2 [E-0C] Kétzonas készlettel rendelkez6 rendszer tipusa R/W 0: Hidraulikus levalaszté
nélkil/kozvetlen szivattya nélkil

1: Hidraulikus levéalasztéval/kdzvetlen
szivattya nélkdl

2: Hidraulikus levalasztéval/kdzvetlen

szivattyaval
9.P.3 [7-0A] Kiegészité zéna szivattyljanak régzitett PWM-je R/W 20~95%, fokozat 5%
95%
9.P.4 [7-0B] F6 zbna szivattydjanak régzitett PWM-je R/W 20~95%, fokozat 5%
95%
9.P.5 [7-0C] Kever6szelep fordulasi ideje R/W 20~300 masodperc, fokozat: 5 masodperc

125 masodperc
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