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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

INFORMACIO

[ ]
l Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

Célkozonség
Képesitett szerel6k

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentaciokészlet a
kovetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés el6tt
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors 6sszefoglald az egyszer( felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaléi referencia-utmutato:

- Részletes, lépésrél-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informacidk az alapvetd
és a halado felhaszndldsi moédokrol

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

= Szerelési kézikonyv — Kiiltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Szerelési kézikonyv — Beltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Szerelési el6késziletek, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok stb.

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

= Kiegészitd kézikdonyv az opciondlis berendezésekhez:
- Kiegészit6 informacidk az opcionadlis berendezések izembe helyezéséhez

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban) + A digitdlis fajlok a kovetkezd
weboldalon  taldlhaték:  https://www.daikin.eu. A  megfelel6 modell
megkereséséhez haszndlja a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacid legljabb kiaddsai a helyi Daikin weboldalrdl vagy a
forgalmazotdl szerezheték be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irdédott. A mas nyelvd kiaddsok ennek
forditdsai.

Mdiszaki technikai adatok

= A mdUszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

SzerelGi referencia-Utmutato
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1| A dokumentum bemutatasa

= A mUszaki adatok legUjabb verzidjanak teljes dokumentaciéjat a Daikin Business
Portal (jelszé szikséges) szerezheti be.

Online eszk6zok

A dokumentdcidkészleten kivil néhany online eszkdz is elérhet6 a szerel6k
szamara:

= Daikin Technical Data Hub

- Az egységek muszaki adatait, hasznos eszkozoket, digitdlis eréforrasokat stb.
tartalmazé kézpont.

- Nyilvdnosan elérhet§ a https://daikintechnicaldatahub.eu cimen.
= Heating Solutions Navigator

- Digitdlis szerszdmkészlet, amely szdmos eszkdzt kinal a f(it6 rendszerek
felszerelésének és konfiguraldsanak elGsegitésére.

- A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me platformon vald
regisztracié szlkséges. Tovabbi informacié: https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- A szerel6k és szerviztechnikusok szamdra készilt mobilalkalmazas, amely

lehetévé teszi a ft6 rendszerek regisztracidjat, konfigurdldsat és
hibaelharitdsat.

- A mobilalkalmazds i0S- és Android-eszkozokre az aldbbi QR-kodok
hasznalataval tolthet§ le. Az alkalmazas eléréséhez a Stand By Me platformon
valo regisztracié szikséges.

App Store

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

2 VESZELY: ROBBANASVESZELY

/6= Robbands veszélye.
FIGYELEM
Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.
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1 | A dokumentum bemutatasa

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

-] © B B

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés

Magyarazat

Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és Gzemeltetési
kézikbnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

(3]
=5

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a
szerelési kézikonyvet.

[N

—T

Tovabbi informdacidkat az "Referencia Utmutato a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kozben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jelolés

Magyarazat

Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "& 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. abrajat" jelenti.

i

A tablazat cimét vagy a ra mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tabldzatat"
jelenti.

1.2 A szerel@i referencia-utm

utato attekintése

Fejezet

Leiras

A dokumentum bemutatasa A szerel6 rendelkezésére allo6 dokumentumok

Altaldnos biztonsagi
ovintézkedések

Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia
a felszerelés el6tt

A szerel6re vonatkozd specialis
biztonsagi utasitasok

A doboz bemutatasa A doboz kezelése, az egységek kicsomagolasa és

a tartozékok eltavolitasa

Egységek és opcidk

= Az egységek azonositasa

= Egységek és opcidk lehetséges kombindcioi
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1 | A dokumentum bemutatésa

Fejezet

Leiras

Hasznadlati irdnyelvek

A rendszer kilonboz6 felszerelési bedllitasai

Az egység felszerelése

A rendszer felszerelésével kapcsolatos teendk
és tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informaciokat

A csovek felszerelése

A rendszer csoveinek felszerelésével kapcsolatos
teenddk és tudnivalok, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informaciokat

Elektromos felszerelés

A rendszer elektromos alkatrészeinek
felszerelésével kapcsolatos teenddk és
tudnivalék, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informaciokat

Beadllitas

A rendszer felszerelés utani konfiguraldsaval
kapcsolatos teenddék és tudnivaldk

Belizemelés

A rendszer konfigurdlds utdni belizemelésével
kapcsolatos teend6k és tudnivaldk

Atadas a felhasznaldnak

Mit kell atadni és elmagyardzni a felhasznalénak

Karbantartas és szerelés

Az egységek karbantartdsa és szerelése

Hibaelharitas

Tennivalok problémak esetén

Hulladékkezelés

A rendszer hulladékkezelésének madja

Mdszaki adatok

A rendszer miszaki jellemz&i

Szészedet

Fogalommeghatdrozdsok

Helyszini beallitasok tablazata

A tablazatot a szerel6nek kell kitdltenie, és meg
kell tartani tovabbi hivatkozdas céljabol

Megjegyzés: A felhasznaldi referencia-
Utmutatéban taldlhatod egy szerel6i bedllitasok
tablazat is. Ezt a tablazatot a szerelének kell
kitoltenie, és at kell adnia a felhasznalénak.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 A EEIEPIEBNEK ...ttt ettt stk s et Rt oAk a kst n et s et n ettt

211
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.15

2.1 Atelepitdnek

2.1.1 Altaldnos

Altaldnos

Felszerelés helye
H(it6kozeg — R410A vagy R32 esetében

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad m(ikodd rendszernél vagy a muikodés utdn kozvetlentl a
hitékozegesovekhez, a vizesdvekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszahll a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(it.

= Avéletlenll szivargd hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatasa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. KIZAROLAG a Daikin altal gyértott vagy jovéhagyott
tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivdlasztasa a vonatkozo torvényi elGirasok szerint torténik (a  Daikin
dokumentacioban leirt Gtmutatasok betartasa mellett).

FIGYELEM

A mianyag csomagolo tasakokat kidobas el6tt szét kell tépni, hogy a gyermekek
véletlendl se jatszhassanak vellk. Lehetséges kockazat: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, fistélést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkeszty(t és -szemiveget stb.).

>k BB B B P

VIGYAZAT

NE érjen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy felalini.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazéjaval.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzdkonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezé informacidkat tartalmazza:
karbantartasi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatas a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltdsag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé dtmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6z6nyildsokat.
= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kornyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldamokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdgneses hullamok megzavarhatjak a vezérl6 rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargasa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.

2.1.3 H(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szereldi referencia-utmutatéjat.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

=\ Lleszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hlt6kozeg szivarog a hitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden hitékozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A miikodé kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbandsr okoz.

® Hasznaljon kilon begyljt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A hit6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 ovintézkedéseket. Ha
hit6kozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracid zart térben oxigénhianyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel talalkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(itéfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. Hiit6kozeget CSAK a
toOmitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejutd oxigén éngyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasoddsanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

® Ha a hit6kozegrendszert meg kell bontani, a hlit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfelelen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

QI Qf PP PP

MEGJEGYZES

Ha a teljes csészerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

Ha Ujratoltés szikséges, 1asd az egységen az adattablat. A tablardl leolvashato a
hasznalhaté hiit6kozeg tipusa és a sziikséges mennyiség.

Ez az egység gyarilag fel van toltve h(tékozeggel, de a cséméretektsl és a
cs6hosszaktol fuggben hit6kozeg-utantoltésre lehet sziikség.

A kell6 nyomasallosag biztositasa és az idegen anyagok rendszerbe jutdasanak
megelézése érdekében KIZAROLAG a h(tékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

Toltse be a folyékony hiitékozeget az alabbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A hit6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazéllapotu
hitékozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a h{t6kozegtartdly szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hlit6kozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kdvetkezmény:
Hibas hlit6kozeg-mennyiség.

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

2.1.4 Viz

Ha alkalmazhatd. Tovadbbi informdcidkért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szereldi referencia-Utmutatojat.

MEGJEGYZES
Kizardlag a 2020/2184 EU-irdnyelvnek megfelel§ mindségl vizet hasznaljon.

2.1.5 Elektromos

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltdvolitdasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden pdlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategoériaju tulfesziltség lépne fel.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

A

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gyd6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése a torvényi elGirasoknak
megfelel6en tortént-e.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

®= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kils6 nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kilon adramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlkséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitét. Ennek elmulasztdsa
aramtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy az elektromos dobozban
minden elektromos alkatrész és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldelévezetéket.

= A tapkdbel fesziltségmentesit6je és maga a csatlakozdblokk kozotti tdpvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

®

MEGJEGYZES
A tapfesziltség bekotésére vonatkozo elSirasok:
[ [ ) eon @
v X X

NE csatlakoztasson eltér6 keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

* Ha kett6 vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

= A huzalozasnal csak az elGirt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
jol meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhizot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tdvolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fézisai felcserél6dhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

INFORMACIO

[ ]
l Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

A kovetkez6 biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Az egység mozgatasa (lasd "4.1.2 A kUltéri egység kezelése" [» 23])

VIGYAZAT
A sérilések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg6bemenetét

vagy aluminium bordait.

Felszerelés helye (lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 47])

FIGYELEM

Az egység megfelelS felszereléséhez kévesse a jelen kézikonyvben a szerelési térhez
megadott méreteket.

>

= Kaltéri  egység: lasd: "7.1.1 A kiltéri egység Uzembe helyezései
kovetelményei" [» 48].

= Beltéri egység: lasd: "7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd
kévetelmények" [» 51] és "7.1.5 Uzembehelyezési sablonok" [» 53].

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mUkaodik allandé gyujtdforras
(példdaul: nyilt lang, mikodo gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

NE haszndljon Ujra olyan hit6kozegesovet, amelyet mar hasznaltak mas
hiitékozeggel. Cserélje ki vagy tisztitsa meg alaposan a h(it6kozegcséveket.

> B

Az R32 egységre vonatkozo specialis kovetelmények (lasd: "7.1.1 A kiiltéri egység
Uzembe helyezései kbvetelményei" [» 48])

FIGYELEM
= NE szurja fel, vagy tegye ki h& hatdsanak a h(it6kozegkor alkatrészeit.

= NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktdl eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

= Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(it6kozeg teljesen SZAGTALAN.

FIGYELEM

A készlléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol nem éri mechanikus
sérlilés, és ahol nincs folyamatosan sugdrzo tlizforras (példaul nyilt langok, mikodd
gazkészllék vagy miikods elektromos fiitd).

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin
utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi elSirdsoknak, illetve
arra, hogy a munkat KIZAROLAG erre jogosul személy végezze el.

> B P

SzerelGi referencia-Utmutato
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Az egység felnyitasa és lezarasa (lasd: "7.2 Az egységek felnyitasa és
lezarasa" [» 57])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitdasa utan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

> B> P

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A kiiltéri egység felszerelése (lasd: "7.3 A klltéri egység felszerelése" [» 61])

FIGYELEM

A kiltéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak megfelel6en KELL felszerelni. Lasd
"7.3 A kiltéri egység felszerelése" [» 61].

> B

VIGYAZAT

NE tavolitsa el a véd6kartont az egység megfeleld felszerelése el6tt.

A beltéri egység felszerelése (lasd: "7.4 A beltéri egység felszerelése" [» 68])

>

FIGYELEM

A beltéri egység felszerelési mddjanak meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt
utasitdsoknak. Lasd: "7.4 A beltéri egység felszerelése" [» 68].

A csovek felszerelése (lasd: "8 Cs8szerelés" [» 71])

7

FIGYELEM

A kilsé csovek felszerelési modjanak meg KELL felelnie a jelen kézikdnyvben foglalt
utasitdsoknak. Lasd: "8 Csdészerelés" [» 71].

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés hiit6kozeg-szivargast okozhat.

* NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

® Csak az egységhez mellékelt hollandi anydkat haszndlja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

> BB P

FIGYELEM

Ha a rendszerben a teljes h(it6kozeg-mennyiség legalabb 1,84 kg (azaz ha a
cs6vezeték hossza legalabb 27 m), a beltéri egységnek a minimdlis terlletre
vonatkozé kovetelményeknek kell megfelelnie. Tovabbi informacié: "7.1.3 A beltéri
egység felszerelési helyére vonatkozd kdvetelmények" [» 51].
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é FIGYELEM
= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet

okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kdzben MINDIG viseljen véddkesztydit és véd§szemiiveget.

Elektromos felszerelés (lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 95])

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
Az elektromos vezetékek csatlakoztatdsi modjanak meg KELL felelnie az alabbiak

utasitasainak:

® Ez a kézikonyv. Lasd: "9 Elektromos bekdtések" [» 95].

= A kiltéri egységhez mellékelt elektromos huzalozasi rajz, amely a fels§ lemez
belsején taldlhatd. A jelmagyardzatat lasd: "16.3 Huzalozédsi rajz: Kultéri
egység" [» 256].

= A beltéri egységhez mellékelt elektromos huzalozasi rajz, amely a beltéri egység
kiegészit6flitGelem-fedelének a belsején talalhatd. A jelmagyardzatat lasd:
"16.4 Kabelezési rajz: beltéri egység" [» 258].

FIGYELEM
MINDIG tobberes kdbelt hasznaljon tapkabelként.

FIGYELEM
= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

a vonatkozo jogszabalyoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes dsszetevének és dsszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM
® Ha a tapfesziltség N fazisa hidnyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsévekhez, tulfesziltség-levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kiilonésen a magas nyomasu oldalon.

= NE haszndljon mUlanyag ragasztdszalaggal burkolt vezetékeket, sodort
vezetékeket,  hosszabbitokabelt  vagy csillag  rendszerbdl  szarmazo
csatlakozdsokat. Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tlizet okozhatnak.

® Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté6 kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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3 | AtelepitSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

FIGYELEM

Bizonyosodjon meg rdéla, hogy az elektromos huzalozds NEM érintkezik a
hltékozeggazcsével, amely rendkivil felforrésodhat.

>

a H(it6kozeggazcs6

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

FIGYELEM

A kiegészit6 flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tdpellatdssal, és a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapellatasat és a foldkabelt.

> B P

INFORMACIO

A biztositékok tipusara és névleges dramer@sségére, valamint az dramkor-
megszakitok névleges aramerdsségére vonatkozé adatokat az "9 Elektromos
bekotések" [» 95] szakasz ismerteti.

i @

Konfiguralas (lasd: "10 Konfigurdlas" [» 124])

VIGYAZAT

A fertGtlenités funkcio beallitdasait a szerel6nek KELL megadnia a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en.

FIGYELEM

Arra lgyelni kell, hogy a fert6tlenités Gzemmaod utan a kifolyé hasznalati meleg viz
hémeérséklete a [2-03] helyszini beallitds értéke szerinti lesz.

> B

Ha a haszndlati meleg viz tul magas hémérséklete személyi sériilés kockdzatat jelenti,
egy kever@szelepet (nem tartozék) kell a hasznalatimelegviz-tartaly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a keverészelepnek kell biztositania, hogy a
kifolyd meleg viz h6mérséklete soha ne mehessen egy bedllitott maximalis érték folé.
A meleg viz megengedett legnagyobb hémérsékletét a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelGen kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg rola, hogy varhatéan NEM jelentkezik majd hasznélatimelegviz-igény
a fert6tlenitési funkcid kezdési idejekor [5.7.3] és meghatarozott idGtartama kozben
[5.7.5].

>
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Belizemelés (lasd: "11 Belizemelés" [» 218])

FIGYELEM

A belizemelés modjanak meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt utasitasoknak.
Lasd: "11 Belizemelés" [» 218].

>

7

Karbantartas és szervizelés (lasd: "13 Karbantartas és szerelés" [» 230])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyo viz esetenként nagyon forré.

FIGYELEM

Ha a bels6 huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A viz a tartdlyban nagyon forro lehet.

VIGYAZAT

Mindenképp nyissa meg a taguladsi tartaly iranyaba vezet6 szelepet (ha fel van
szerelve), maskilonben tulnyomas keletkezik.

> BB BB

Hibaelharitas (lasd: "14 Hibaelharitas" [» 238])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az
egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelelé megszakitot.

> B P

® Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalodott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkdzoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari bedllitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazoval.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkertléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoldeszkodzzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a koézm( rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

SzerelGi referencia-Utmutato
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FIGYELEM
Hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitése. A hdkibocsatok vagy -gydjték

|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet kezdSképernydjén lathato-e
vagy &jelzés.
® Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a Iégtelenitést.

* Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez hasznalni kivant szoba megfeleld
szellGzésérdl. Ok: A hlitbanyag beszivaroghat a vizkérbe, majd a szobaba, amikor
|égteleniti a hékibocsatokat vagy -gydjtdket.

Hulladékkezelés (lasd: "15 Hulladékba helyezés" [» 251])

VESZELY: ROBBANASVESZELY

4,
\! 7
L_{ Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylUzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbbl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas funkciéjat, amellyel
rendszerb6l minden hit6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegdé ongyulladast és
robbanasr okoz.

® Haszndljon kilon begyjt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
tzemelni.
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4 A doboz bemutatdsa

i

INFORMACIO

Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

Tartsa szem el6tt az aldbbiakat:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a széllitmanyozo
reklamacids tgyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel&zze a szallitas soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

Ebben a fejezetben

4.1 KUIEEIT @EYSEE ..ttt ettt h st a ket st h kst R e Rt h et h sttt h et n ettt ettt 22
4.1.1 A kultéri egység kicsomagolasa... 22
4.1.2 A kultéri egység kezelése .........cocove. e 23
4.1.3 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrdl.... 23
4.2 BEILErT E8YSEE. . oo . 24
421 A beltéri egység kicsomagolasa ........... 24
422 Tartozékok eltavolitdsa a beltéri @gySEDEI ..........coiiiiiiiiiiiii e 24
423 A DEIEIT EEYSEG KEZEIESE ...ttt 25

4.1 Kultéri egység

4.1.1 Akultéri egység kicsomagolasa

SzerelGi referencia-Utmutato
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4 | A doboz bemutatdsa

4.1.2 Akilltéri egység kezelése

VIGYAZAT
A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegGbemenetét

vagy aluminium bordait.

1 Az egység a bal oldali hevederrel és a jobb oldali fogantyuval kezelhetd. A
heveder mindkét oldaldt huzza fel egyszerre, hogy a heveder ne valjon le az
egységrol.

X X v

2 Az egység kezelése kdzben:

» Tartsa egy szintben a heveder mindkét oldalat.
* Tartsa egyenesen a hatat.

3 Az egység felszerelése utdn tdvolitsa el rola a hevedert Ugy, hogy az egyik
oldaldt meghuzza.
4.1.3 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrél

1 Emelje fel a kiltéri egységet. Lasd: "4.1.2 A kiultéri egység kezelése" [» 23].

2 Tdavolitsa el a tartozékokat a csomag aljardl.
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Kultéri egység szerelési kézikonyve

Fluorozott, Uiveghdzhatdsu gazokra figyelmeztets cimke

Fluorozott, Gveghdzhatasu gazokra figyelmeztetd tébbnyelvl cimke
Energiacimke

Egység felszerelSlemeze

Csavarok, anyak, alatétek, rugds alatétek és vezetékfogd

-0 Q0 T O

4.2 Beltéri egység

4.2.1 A beltéri egység kicsomagoldsa

s N

1% 4x 4% 1%
SzerelGi referencia-Utmutato 'DA’K’N ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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A vizkor elzardszelepei

Tulnyomasi megkeril&szelep

Felszerel6lemez (+ csavar) kommunikdcids PCB-hez (EKRP1AHTA) és digitélis KI/BE
PCB-hez (EKRP1HBAA)

Altaldnos biztonséagi dvintézkedések

Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

Beltéri egység szerelési kézikonyve

Uzemeltetési kézikdnyv

WLAN-kazetta

Az elzardszelepek tomitégyirdi (térflitési vizkor)

A nem tartozék elzardszelepek tomitégy(irli (hasznalati meleg viz kore)
SzigetelGszalag a kisfeszlltségli vezeték bemenetéhez

6o T o

Ae— = T0@ -n O Q&

4.2.3 A beltéri egység kezelése

Az egység megemeléséhez hasznalja a hatuljan és aljan Iévé fogantyukat.

€

F

a Fogantyuk az egység hatuljan
b Fogantyuk az egység aljan. Ovatosan dontse meg hatrafelé az egységet, hogy a
fogantyuk lathatdva valjanak.
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5 Egységek és opciok

INFORMACIO

[ ]
l Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo

részei NEM alkalmazhatok.

Ebben a fejezetben

5.1 AAZOMOSIEAS ..ottt ettt ettt ettt ettt R ettt eR et et eA ek ea koAt s At a ettt s et s et n et e et st ne et e 26
5.1.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység 26
5.1.2 Azonosito cimke: Beltéri egység .. 27
5.2 Egységek és beallitdsok KOMDINACIOJA. ... c.iiiuiieiiieieieee ettt 27
521 A KUIEEIT @YSEE OPCION vttt ettt ettt ettt s st s ettt en et eneee 27
5.2.2 A beltéri egységhez elérhet6 egyéb opcidk 28
523 A beltéri egység és a kiltéri egység lehetséges kombiNACiOi.......ccovviiiriiiiciiiii s 30
5.1 Azonositas
5.1.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység
Hely
A modellek azonositasa
Példa: ERGAO8EAV3IH7
Kéd Magyarazat
ER Eurdpai osztott kiltéri paros hszivattyu
G Kozepes vizhEmérséklet — kornyezeti zéna (lasd a mikodési
tartomanyt)
A R32 hitbékozeg
08 Teljesitményosztaly
EA Modellsorozat
V3 Tapellatds
H [—]=Nem osztrak modell
H=Nem osztrak modell (ha a kiltéri egység a legmagasabb
helyzetben van, a szintklilonbség 30 m lehet)
A=0sztrak modell
7 Modellsorozat
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
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5.1.2 Azonositd cimke: Beltéri egység

Hely

A modellek azonositasa

Példa: E HV Z 04 S 18 EA BV

Kéd Leiras
E Eurdpai modell
HV All6 beltéri egység beépitett tartallyal
Z Két zénds modell
04 Teljesitményosztaly
S A beépitett tartdly anyaga: rozsdamentes acél
18 A beépitett tartdly (rtartalma
EA Modellsorozat
6V Kiegészitd flt6elem modellje

5.2 Egységek és beallitasok kombinacidja

INFORMACIO

Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciék NEM elérheték.

i @

5.2.1 AKkulltéri egység opcidi
Csepptalca készlet (EKDP0O08SD)

A csepptalca készlet a kiltéri egységben képzddott kondenzviz dsszegylijtéséhez
szUkséges. A csepptalca készlet a kovetkezdkbdl all:

= Csepptalca
= Felszerelési konzol

A szerelési Utmutatdsokat |asd a csepptélca szerelési kézikonyvében.

Csepptalca-flitéegység (EKDPHO08CA)
A csepptalca-flit6egység a csepptalca befagyasanak elkerlléséhez sziikséges.

Olyan hidegebb terlleteken ajanlott ennek az opcidnak a felszerelése, ahol
el6fordulhat alacsony kornyezeti h6mérséklet vagy erés havazas.

A szerelési Utmutatdsokat [dsd a csepptdlca-flit6egység szerelési kézikonyvében.

U-csovek (EKFT008D)

Az U-csovek olyan felszerelési konzolok, amelyekre felszerelhet§ a kiltéri egység.

Olyan hidegebb terileteken ajanlott ennek az opcidénak a felszerelése, ahol
el6fordulhat alacsony kornyezeti h6mérséklet vagy erés havazas.

A szerelési Utmutatdsokat [asd a kiltéri egység szerelési kézikonyvében.
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Zajcsokkentd fedél (EKLNO8SA1L)

Ahol zavaré lehet a mikodés hangja (példaul halészoba kozelében), felszerelhet
egy zajcsokkentd fedelet a kialtéri egység mikddési hangjanak csillapitdsa
érdekében.

A zajcsokkenté fedelet a kovetkezbkre szerelheti:

= RogzitGtalpakra a talajon. Ezeknek el kell birniuk 200 kg-ot.

= Fali konzolokra. Ezeknek el kell birniuk 200 kg-ot.

Ha felszereli a zajcsokkentd fedelet, a kovetkez6 opciok egyikét is fel kell szerelnie:
= Ajanlott: Csepptalca készlet (csepptalca-fitéegységgel vagy anélkil)

= U-csovek

A szerelési Utmutatdsokat |dsd a zajcsokkentd fedél szerelési kézikonyvében.

5.2.2 Abeltéri egységhez elérhet6 egyéb opciok

Tébbzdnas vezetékes vezérlok

A kovetkez6 tobbzonas vezetékes vezérldket csatlakoztathatja:

= 230 V-os tobbzonas alapegység (EKWUFHTA1V3)

= 230 V-os digitalis termosztat (EKWCTRDI1V3)

= 230 V-os analdg termosztat (EKWCTRAN1V3)

= 230 V-os mikodtetd egység (EKWCVATR1V3)

A szerelési Utmutatasokat 1dsd a vezérl6 szerelési kézikonyvében és az opciondlis
berendezések kiegészitd kézikdnyvében.

Szobatermosztat (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

A beltéri egységhez opcionalis szobatermosztat csatlakoztathatd. Ez a termosztat
lehet vezetékes (EKRTWA) vagy vezeték nélkili (EKRTR1, EKRTRB).

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztat szerelési kézikonyvében és az
opcionalis berendezések kiegészité kézikonyvében.
Tavoli érzékels vezeték nélkiili termosztathoz (EKRTETS)

Tavoli beltéri h6meérséklet-érzékel6t (EKRTETS) csak a vezeték nélkili termosztattal
(EKRTR1 vagy EKRTRB) hasznalhat.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztat szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikonyvében.

Digitalis KI/BE PCB (EKRP1HBAA)

A Digitalis KI/BE PCB a kovetkez§ jelek biztositasdhoz sziikséges:

= Riasztas kimenete

= Térf(ités/-h(ités BE/KI kimenet

= Atallas kilsé héforrasra

A szerelési Utmutatasokat lasd a digitalis KI/BE PCB szerelési kézikonyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikbnyvében.

Kommunikaciés PCB (EKRP1AHTA)

A digitalis bemenetek altali energiatakarékos fogyasztasvezérlés engedélyezéséhez
be KELL szerelni a kommunikacios PCB-t.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a kommunikacids PCB szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészit6 kézikbnyvében.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Tavoli beltéri érzékels (KRCS01-1)

Alapértelmezés szerint a dedikalt kényelmi felhasznaldi felllet belsd érzékelGje
(szobatermosztatként  hasznalt ~ BRCI1HHDA)  szolgdl  szobah&mérséklet-
érzékelkeént.

A tavoli beltéri érzékel§ opcioként szerelhetd fel a szobahdmérséklet egy masik
pontban torténd méréséhez.

A szerelési Utmutatasokat 1dsd a tavoli beltéri érzékeld szerelési kézikonyvében és
az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

INFORMACIO

= A tavoli beltéri érzékel6 kizarolag abban az esetben hasznalhatd, ha a taviranyito
szobatermosztat funkcidra van bedllitva.

i

= A tavoli beltéri érzékel6 és a tavoli kiltéri érzékel6 nem csatlakoztathato
egyszerre.

Tavoli kiiltéri érzékel6 (EKRSCA1)

Alapértelmezés szerint a klltéri egységben taldlhatd érzékelS haszndlatos a kiltéri
hémérséklet mérésére.

A tavoli kiltéri érzékel§ opcioként szerelheté fel a kiltéri hémérséklet egy masik
pontban torténd mérésére (példaul a kozvetlen napfény elkerilése miatt) a
rendszer jobb mUkodése érdekében.

A szerelési Utmutatasokat 1dsd a tavoli kiultéri érzékel§ szerelési kézikdnyvében és
az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

INFORMACIO

o
l A tavoli beltéri érzékeld és a tavoli kultéri érzékeld nem csatlakoztathaté egyszerre.

PC-kabel (EKPCCAB4)

A PC-kdbel kapcsolatot létesit a beltéri egység hydro PCB-je (A1P) és egy
szamitogép kozott. Lehet6vé teszi a hidromodul szoftverének és az EEPROM-janak
frissitését.

A szerelési utasitasokért lasd:

= A PC-kdbel szerelési kézikonyve

= "10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatdsa a kapcsolédobozhoz" [» 127]

CsGhajlitaskészlet (EKHVTC)

Ha a beltéri egységet olyan helyre kell felszerelni, ahol sz(ik a hely, felszerelhetd
egy cs6hajlitaskészlet, amellyel megkdnnyitheté a csatlakozds a beltéri egység
hltékozegfolyadék- és hlitékozeggdz-csatlakozdihoz.

A szerelési Utmutatasokat lasd a cs6hajlitaskészlet dtmutatdjaban.

Hészivattyu konvektor (FWX*)

Térflités/-h(ités biztositdsahoz hasznalhatok hészivattyu konvektorok (FWXV).
Térf(ités/-h(ités biztositdsahoz hasznalhatdk a kovetkezé hészivattyu-konvektorok:
= FWXV: padlon allo modell

= FWXT: falra szerelt modell

= FWXM: rejtett Gzemmad

A szerelési utasitasokért 1asd:
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= A h@szivattyu-konvektor szerelési kézikonyve
= A hdszivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve

= Kiegészit6 kézikbnyv az opcionalis berendezésekhez

WLAN-modul (BRPO69A71)

A WLAN-kazetta (az MMI egységhez csatlakoztatandd) a beltéri egység tartozéka.
Masik megoldasként (gyenge jelerésség esetén) beszerelheti az opciondlis vezeték
nélkdli LAN-modult (BRPO69A71).

A szerelési Utmutatdsokat lasd a WLAN-modul szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikbnyvében.
Kényelmi felhasznalai feliilet (BRC1IHHDA) szobatermosztatként hasznalva

= A szobatermosztatként hasznalt kényelmi felhasznaldi felilet (HCI) csak a beltéri
egységhez csatlakoztatott felhaszndloi felllettel egylitt hasznalhatd.

= A szobatermosztatként hasznalt kényelmi felhasznaléi fellletet (HCI) a vezérelni
kivant szobaba kell felszerelni.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztatként hasznalt kényelmi
felhasznaldi felllet (HCI) szerelési és zemeltetési kézikonyvében és az opcionalis
berendezések kiegészitd kézikdnyvében.

Okoshalézat relékészlete (EKRELSG)

Az opcionalis okoshaldzati relékészletet nagyfesziltségli okoshaldzati csatlakozdk
(EKRELSG) esetén kell beszerelni.

Szerelési utasitasok: "9.3.11 Csatlakozas okoshaldzathoz" [» 118].

5.2.3 Abeltéri egység és a kiltéri egység lehetséges kombinacioi

Beltéri egység Kiiltéri egység
ERGAO04 ERGA06 ERGAO08
EHVZ04 0] — —
EHVZ08 — @) 0
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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6 Hasznalati iranyelvek

INFORMACIO

o
l Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo

részei NEM alkalmazhatok.

Ebben a fejezetben

6.1 Attekintés:

6.2 A térftési

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Attekintés: NasZNAIAti IFANYEIVEK ............ooveeeeeeeeeeeeeee ettt
A térflitési rendszer bedllitasa

6.2.1 Tobb szoba — Két kilépd vizhémérsékleti zona
A hasznélatimelegviz-tartaly beallitasa

6.3.1 Rendszer elrendezése —°Beépitett HMV-tartaly
6.3.2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének kivalasztasa

6.3.3 Osszedllitas és konfiguralas —HMV-tartaly

6.3.4 HMV-szivattyu azonnali meleg vizhez
6.3.5 HMV-szivattyu fertétlenitéshez

Az energiamérés beallitasa

6.4.1 ElGallitott hé

6.4.2 Felhasznalt energia ..

6.4.3 Normdl kWh-dijszabasu elektromos dram

6.4.4 Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram

Az energiafogyasztds-vezérlg beallitasa

6.5.1 Folyamatos dramforras-korlatozas

6.5.2 Digitalis bemeneteken keresztil aktivalt aramforras-korlatozas

6.5.3 Az dramforrés-korlatozas folyamata...

6.5.4 BBR16 dramforras-korlatozds
KUIsE hEMErseklet-6rzekeld DEAIIMESA. ... .cviiiiiiccece e

hasznalati irdnyelvek

A hasznalati irdnyelvek célja, hogy betekintést engedjen a hdszivattydrendszer
lehet&ségeibe.

MEGJEGYZES

* A haszndlati iranyelvek abrai kizarélag referenciaként szolgalnak, és NEM
hasznalhatok részletes hidraulikai diagramként. A részletes hidraulikai méretezés
és kiegyensulyozas NINCS feltlintetve, azok a szerel6 felelGsségét képezik.

*= A h@szivattyd mukodésének optimalizalasara szolgdld  konfiguralasokkal
kapcsolatos tovabbi informacidk: "10 Konfiguralas" [» 124].

Ez a fejezet a kdvetkez6kkel kapcsolatos hasznalati irdnyelveket tartalmazza:

= A térf(itési/-h(itési rendszer bedllitadsa

Kiegészitd héforras bedllitasa a térflitéshez

= A hasznalatimelegviz-tartaly beallitdsa

= Az energiamérés beallitasa

= Az energiafogyasztas-vezérl§ bedllitasa

Kilsé hémérséklet-érzékels beallitdsa

rendszer bedllitasa

A(z) Daikin hdszivattyUrendszer egy vagy tobb szobdban talalhatd hékibocsatokhoz
tovabbitja a kilépd vizet.
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Mivel a rendszer minden egyes szoba hémérsékletének szabdlyozdsara nagy
rugalmassagot biztosit, el6szor a kovetkezd kérdésekre kell valaszolnia:

= Hany szobat f(it a Daikin hdszivattyUrendszer?

= Milyen tipusu hékibocsatdk vannak haszndlatban az egyes szobakban, és milyen
kilépbviz-hEmérsékletre vannak tervezve?

A térflités kovetelményeinek meghatdrozasat kovetéen a Daikin az aldbbi
Osszedllitasi irdnyelvek kovetését ajanlja.

MEGJEGYZES
Kuls6 szobatermosztat hasznalata esetén a szobai fagyvédelmet a kuilsé

szobatermosztat szabalyozza. A szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges,
haa [C.2] Térflités/-hlités=Be.

MEGJEGYZES
Ha az egységet egyzdnas alkalmazasként szereli be:

Osszeallitas. Szereljen egy megker(l6 szelepet a térfiités vizbemenete és a kiegészits
z6na (=kozvetlen zéna) kimenete kozé. NE szakitsa meg a vizaramot az elzardszelep
zarasaval.

a Megkerulés

Konfiguralas. Allitsa a [7-02] helyszini beallitdsst O értékre (Z6nak szama =
Egyetlen zéna).

6.2.1 Tobb szoba — Két kilép§ vizhémérsékleti zona

Ez az egység 2 kilonbozd hémérsékletli vizet allit el6. A tipikus Gzembe helyezés
alacsonyabb hémérsékletld padloflitést és magasabb hémérséklet(i radidtorokat
foglal magaba.

Ebben a dokumentumban:
= F§ zona = a legalacsonyabb tervezett hGmérsékletd zéna
= Kiegészit6 zona = a legmagasabb tervezett h6mérsékletl zona

Jellemz6 példa:

Szoba (z6na) Hékibocsatok: Tervezett h6mérséklet
Nappali (f6 zéna) Padloflités: 35°C
Haloszobak (kiegészité zona) Hdszivattyu konvektorok: 45°C
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
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Osszeallitas

_______

__________________

Kiegészit kilépd vizhmérsékleti zona

1. szoba

2.szoba

F6 kilépd vizhEmérséklet zona

3. szoba

Hészivattyu-konvektorok (+ vezérl6k)

Dedikalt kényelmi felhasznaloi feltlet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)

comOMN®m>

INFORMACIO

A keverészelep el6 nyomasszabdlyozo szelepet kell szerelni. Ez garantalja a megfelel6
vizaramldst a f6 kilépd vizhEmérsékleti zéna és a kiegészité kiléps vizhEmérsékleti
z6na kozott, a két vizhémérsékleti zona szlikséges teljesitményétdl fliggden.

i @

= Ha tobb informaciot szeretne az elektromos huzalozds kiltéri egységhez vald
csatlakoztatdsardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 99]
- "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 101]

= A f6 zéna esetén: A szoba hémérsékletét a dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA) szabdlyozza.

= A kiegészit6 zona esetén:
- A kulsé termosztat kozvetlendl kapcsolodik a beltéri egységhez.

- A kivant szobahémérséklet a kilsé termosztaton és a szobdkban [évd
radidtorok termosztatikus szelepein keresztil allithaté be.

- A kils6 termosztat fltési kommunikacids jele a beltéri egységen lévé digitdlis
bemenethez van csatlakoztatva (X2M/35a és X2M/30). A beltéri egység csak
abban az esetben biztositja a kivant, tovabbi kilépbviz-hEmérsékletet, ha az
valdban szlkséges.

= A beltéri egységbe épitett taviranyitd hatdrozza meg a helyiség lUzemmddot.
Ugyeljen ra, hogy az egyes hészivattyu konvektorok tavirdnyitdjan az izemmadot
a beltéri egységnek megfelelGen kell bedllitani.
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Konfiguralas

Beallitas

Erték

Egység hémérséklet-szabalyozasa:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Szobatermosztat): Az egység
mUkodésének szabalyozasa a
felhasznaldi felllet kbrnyezetének
hémérséklete alapjan torténik.

Megjegyzés:

= F§ szoba = a szobatermosztat-funkcio
szerepét a taviranyitd tolti be

= Tobbi szoba = kils6 szobatermosztat
funkcio

Vizhémérséklet-zonak szdma:
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

1 (Kett6s zodna): F6+kiegészits

Hdszivattyu konvektorok esetén:
Kilsé szobatermosztat a kiegészité
zonara:

- #:[3.A]

= Kod: [C-06]

1(1 csatlakozd): Ha a haszndlatban
lévé kiilsé szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
BE/KI feltételt tud kuldeni.

Elzérészelep-kimenet

A {6 zona hdigényének kovetésére
beallitva.

Elonyok

= Kényelem. Az intelligens szobatermosztat-funkcié novelheti vagy csdkkentheti a

kivant  kilépd vizhémérsékletet a
(szabalyozas).

= Hatékonysag.

tényleges szobah&mérséklet alapjan

- Az igénytdl fuggben a beltéri egység a kilonboz6 hdékibocsatdk tervezett
hémérsékletének megfeleld kiléps vizhEmérsékletet biztosit.

- A padlofiités a hdszivattyurendszerrel egyUtt nyUjtja a legjobb teljesitményt.

6.3 A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

6.3.1 Rendszer elrendezése —°Beépitett HMV-tartaly

) £
B

O O oﬁ:
0|
3

|

o)

©

A Hasznalati meleg viz
a Hidegviz BE

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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b Melegviz Kl

6.3.2 A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztasa

Az emberek 40°C hémérsékleten érzékelik forronak a vizet. Ezért a HMV-fogyasztas

minden esetben azonos mennyiségl, 40°C hémérsékletd viz formajaban van

kifejezve. A HMV-tartdly hémérséklete beadllithatd magasabb értékre (példaul:

53°C), amely aztan hideg vizzel keveredik (példaul: 15°C).

A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztdsa az aldbbi

lépésekbdl all:

1 A HMV-fogyasztas meghatarozasa (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletld meleg
viz).

2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének meghatarozasa.

A HMV-fogyasztas meghatarozasa

Valaszoljon a kovetkez& kérdésekre, és szamitsa ki a HMV-fogyasztdst (azonos
térfogatu, 40°C hémérsékletl meleg viz) a jellemzé vizmennyiségek alapjan:

Kérdés Jellemz6 vizmennyiség

Naponta hany zuhanyzas varhat6?

1 zuhanyzds=10 percx10 I/min=100 |

Naponta hany firdd varhato?

1 flrd6=150 |

Mennyi vizre van szlikség a konyhai

1 mosogatds=2 percx5 I/min=10 |

mosogatdban naponta?

Van egyéb haszndlatimelegviz-igény? —

Példa: Ha egy csaldd (4 személy) napi HMV-fogyasztasa a kbvetkez&:
= 3 zuhany

= 1flrd6

= 3 mosogatényi mennyiség

Akkor a HMV-fogyasztas=(3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

A HMV-tartaly méretének és kivant hdmérsékletének meghatdrozasa

Képlet Példa

V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Ha:

= V,=180 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Akkor V,=280 |
V=V, x(40-T,)/(T,-T)) Ha:

= V=480 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Akkor V,=307 |

HMV-fogyasztas (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg viz)
A HMV-tartaly szlikséges térfogata, ha egyszer melegitik fel
HMV-tartaly hémérséklete

Hidegviz h6mérséklete

N -

- a4 < <
~

[
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Lehetséges HMV-tartadlyméretek

Tipus Lehetséges méretek

Beépitett HMV-tartdly = 180 |
= 2301

Energiatakarékossagi tippek

Ha a HMV-fogyasztas naponta valtozd, programozhat hetes Utemezést, minden
napra mas kivant HMV-tartalyh&mérséklettel.

Minél  alacsonyabb  a HMV-tartadly  kivdant ~ h&mérséklete,  annal
koltséghatékonyabb. Nagyobb HMV-tartdly valasztasdval csokkenthetd a tartaly
kivant hémérséklete.

Maga a hészivattyl legfeljebb 55°C (alacsony kiltéri hémérséklet esetén 50°C)
hémérsékletl haszndlati meleg viz el6allitdsara képes. A hészivattylba épitett
elektromos ellendlldas novelheti a hémérsékletet. Ez azonban nagyobb
energiafogyasztassal jar. Azt ajanljuk, hogy HMV-tartaly kivant hémérsékletét
55°C alattira allitsa be a kiegészit6 flit6elem hasznalatanak elkerilése érdekében.

Minél magasabb a kiltéri hémérséklet, anndl jobb teljesitményt nyujt
a hdszivattyu.

- Ha az energiadrak nappal és éjszaka is egyformak, azt ajanljuk, hogy a HMV-
tartdlyt nappal melegitse fel.

- Ha az energiaarak éjjel alacsonyabbak, azt ajanljuk, hogy a HMV-tartalyt éjszaka
melegitse fel.

Amikor a hdszivattyu hasznalati meleg vizet allit eld, a teljes f(itési igénytdl és a
programozott prioritdsi beallitastél flggben eléfordulhat, hogy nem képes
térfitésre. Amennyiben haszndlati meleg vizre és térfltésre egyszerre van
szlksége, azt javasoljuk, hogy a hasznalati meleg vizet az éjszaka folyaman allitsa
el6, amikor kisebb szlikség van a térfltésre, vagy akkor, amikor senki sem
tartézkodik az éplletben.

6.3.3 Osszedllitas és konfiguralds —HMV-tartaly

Nagy HMV-fogyasztas esetén a HMV-tartaly naponta tobbszor is felmelegithetd.

A HMV-tartdly kivant hémérsékletre torténé felflitésére a kovetkezd
energiaforrasok hasznalhatok:

- A hészivattyl termodinamikai ciklusa
- Elektromos kiegészité flitGelem

A haszndlati meleg viz el6dllitdsdhoz  szlkséges energiafogyasztas
optimalizaldsaval kapcsolatban lasd: "10 Konfiguralas" [» 124].

SzerelGi referencia-Utmutato
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6.3.4 HMV-szivattyl azonnali meleg vizhez

Osszeallitas

alle:
B

Hidegviz BE

Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyl (nem tartozék)
Keringetés csatlakozasa

Q n T O

= Egy HMV-szivattyu csatlakoztatdsaval azonnal meleg viz all rendelkezésre a
csapbol.

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel6sségét képezi. Az
elektromos  huzalozdssal kapcsolatos informaciokért  lasd:  "9.3.5 A
hasznalatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa" [» 111].

= A keringet6 csavarcsatlakozassal kapcsolatos tovabbi informdacidk: "8.6.4 A
keringet6csovek csatlakoztatdsa" [» 93].

Konfigurdlas
= Tovabbi informacid: "10 Konfiguralas" [» 124].

= A tavirdnyito segitségével programozhat Utemezést a HMV-szivattyu vezérlésére.
Tovabbi informacidkat a felhasznaloi referencia-Utmutatdban talal.

6.3.5 HMV-szivattyu fert6tlenitéshez

Osszeallitas

| £o)
£ d'

b o -

Hidegviz BE

Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyl (nem tartozék)
Flt6egység elem (nem tartozék)
Visszacsapo szelep (nem tartozék)

® QO n T O

= A HMV-szivattyd nem tartozék, beszerelése a szerel§ felelGsségét képezi. Az
elektromos  huzalozdssal kapcsolatos  informdaciékért lasd: "9.3.5 A
hasznalatimelegviz-szivattyu csatlakoztatdsa" [» 111].
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= Ha a vonatkozdé jogszabdlyok a tartaly maximalis célhémérsékleténél magasabb
hémérsékletet irnak el a fert6tlenitéshez (lasd a helyszini beallitdsok
tablazatdnak [2-03] pontjat), a fenti médon csatlakoztathat egy HMV-szivattyut
és egy ft6elemet.

= Ha a vonatkozd jogszabdlyok a ledgazdpontig irjdk el6 a vizcsovek fert6tlenitését,
szlkség esetén a fenti mddon csatlakoztathat HMV-szivattyut és flit6elemet.
Konfigurdlas

A beltéri egység képes a HMV-szivattyld mikodésének vezérlésére. Tovabbi
informacid: "10 Konfiguralas" [» 124].

6.4 Az energiamérés beallitasa

= Atdvirdnyitd segitségével a kdvetkez§ energiaadatokat olvashatja le:
- ElGallitott hé
- Felhasznalt energia
= Energiaadatokat olvashat le:
- Atérflitéshez
- Atérh(téshez
- Hasznalati meleg viz el6éllitdsahoz
= Energiaadatokat olvashat le:
- Havonta

- Evente

INFORMACIO

o
l A szamitott elGallitott hé és felhasznalt energia becsilt érték, pontossaguk nem
garantalhato.

6.4.1 El&allitott h6

INFORMACIO

[ J
l A termelt h6 kiszdmitasara szolgald érzékelSk kalibracidja automatikusan torténik.

= Az el6allitott hé belsd szamitasa a kovetkezd alapjan torténik:
- Akilépd és belépd viz hBmérséklete
- Az dramlas sebessége

= Osszedllitas és konfigurdlas: Nincs sziikség tovabbi berendezésekre.

6.4.2 Felhasznalt energia
A kovetkez6 modszereket veheti igénybe a felhasznalt energia kiszamitdsara:
= Szamitds

= Mérés

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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INFORMACIO

Nem kombindlhatja a felhasznalt energia kiszamitdsat (példdul: a kiegészité
fltGelemét) és a felhaszndlt energia mérését (példaul: a kiltéri egységét). Ebben az
esetben az energiaadatok érvénytelenek lennének.

i @

A felhasznalt energia kiszamitasa

= Afelhasznalt energia belsd szamitasa a kdvetkez§ alapjan torténik:
- Akultéri egység tényleges dramfelvétele
- Akiegészit6 flt6elem bedllitott teljesitménye
- Afeszlltség

= Osszedllitds és konfigurdlds: a pontos energiaadatok érdekében mérje meg a
teljesitményt (ellenalldsmérés), és allitsa be azt a tdvirdnyitd segitségével a
kiegészité flit6elem szamara (1. [épés).

A felhaszndlt energia mérése
= A nagyobb pontossadg miatt ez a leggyakrabban hasznalt modszer.

= Kils6 drammérdék sziikségesek.

= Osszedllitds és konfiguralds: Ha elektromos drammérét hasznal, allitsa be az
impulzusok szama/kWh értéket az egyes mérék szamara a felhasznaldi felilet
segitségével.

INFORMACIO

[ ]
l Az energiafogyasztdas mérésekor, bizonyosodjon meg a rendszer TELIES
aramfelvételét lefedik az elektromos darammérdék.

6.4.3 Normal kWh-dijszabasu elektromos dram

Alapszabaly
Egyetlen, a teljes rendszert lefedd drammérd elegendé.
Osszeallitas

Csatlakoztassa az arammérét a kovetkez8khoz: X5SM/5 és X5M/6. Lasd: "9.3.4 Az
aramfogyasztas-mérdk csatlakoztatasa" [» 110].

Aramméré tipusa

Abban az esetben, ha... Hasznaljon... arammeérot

= Egyfazisu kiltéri egység Egyfazisu

= Egyfazisu haldzatrol taplalt kiegészitd
flt6elem, azaz a kiegészitd flitEelem:

- *6V (6V3: 1IN~ 230 V).

= Haromfazisu kiltéri egység Haromfazisu

= Haromfazisu halozatrol taplalt
kiegészit6 flitéelem, azaz a kiegészitd
fdtéelem:

- *6V (6T1:3~230V)
- *9W (3N~ 400 V)
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Példa
Haromfazisi aramméré
A Kiltéri egység A Kiltéri egység
B Beltéri egység B Beltéri egység
a Elektromos szekrény (L,/N) a Elektromos szekrény (L,/L,/L;/N)
b Aramméré (L,/N) b Aramméré (L,/L,/Ly/N)
¢ Biztositék (L,/N) ¢ Biztositék (L,/L,/Ls/N)
d Kiltéri egység (L,/N) d Kultéri egység (L,/L,/L;/N)
e Beltéri egység (L,/N) e Beltéri egység (L,/N)
f Kiegészitd fitGelem (L,/N) f Kiegészit6 fltSelem (L,/L,/Ly/N)
Kivétel

= Abban az esetben hasznalhat masodik arammérét, ha:
- Ha egyetlen méré mérési tartomanya nem elegendd.
- Az drammér6t nem lehet konnyen beszerelni az elektromos szekrénybe.

- 230 V-os és 400 V-os, haromfazisu héalézatok kombinacidja esetén (nagyon
ritka), az dramméré mdszaki korlatjai miatt.

= Csatlakoztatas és bedllitas:

- Csatlakoztassa a masodik arammérét a kovetkez6khoz: X5M/3 és XSM/4. Lasd:
"9.3.4 Az dramfogyasztds-mérdék csatlakoztatasa" [» 110].

- A szoftverben a két drammérd fogyasztasi adatainak Osszege jelenik meg, igy
NINCS szikség annak bedllitdsara, hogy melyik méré melyik fogyasztast méri.
Csak az egyes mérdk impulzusszamat kell megadnia.

= Példa két drammérére: "6.4.4 Kedvezményes kWh-dijszabasd elektromos
aram" [» 40].

6.4.4 Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos aram

Alapszabaly

= 1. drammérd: A kiltéri egység fogyasztasat méri.

= 2. arammérG: A tobbi elem (azaz a beltéri egység és a kiegészité flitGelem)
fogyasztasat méri.

Osszeallitas

= Csatlakoztassa az 1. drammérét a kovetkez6khoz: X5M/5 és X5SM/6.

= Csatlakoztassa a 2. arammérét a kovetkez8khoz: X5M/3 és XSM/4.
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Lasd: "9.3.4 Az aramfogyasztas-mérbk csatlakoztatdsa" [» 110].

Aramméré-tipusok

= 1. drammérd: Egy- vagy hdromfazisi drammérd a kultéri egység tdpelldtasatol
fuggden.

= 2. arammérd:

- Haszndljon egyfazisi drammérét egyfazisu kiegészité flitéelem konfiguracid

esetén.

- Egyéb esetekben hasznaljon haromfazisi drammérét.

Példa

Egyfazisu kiltéri egység haromfazisu kiegészité flitéelemmel:

>

Kiltéri egység
Beltéri egység

Arammérs (L,/N)

Aramméré (L,/L,/L,/N)
Biztositék (L,/N)

Biztositék (L,/L,/Ly/N)

Kultéri egység (L,/N)

Beltéri egység (L,/N)

Kiegészit6 fitGelem (L,/L,/L;/N)

W_.J@Q -n®D O T ®

(%]
=

6.5 Az energiafogyasztas-vezérld beallitasa

Elektromos szekrény (L,/N): Kedvezményes kWh-dijszabasu tapellatas
Elektromos szekrény (L,/L,/Ls/N): Normal kWh-dijszabasu tapellatas

Kedvezményes kWh-dijszabdasu elektromos dramkor csatlakozdja

A kovetkezd energiafogyasztds-vezérlSket veheti igénybe. A hibdval kapcsolatos
tovabbi informacidkért |asd: "Energiafogyasztas-vezérls" [» 202].

#

Energiafogyasztas-vezérl6

1

"6.5.1 Folyamatos aramforras-korlatozas" [» 42]

= A teljes h@szivattylurendszer (a beltéri egység és a kiegészité flitGelem)
fogyasztasanak korlatozasat teszi lehetévé egyetlen allandd beallitassal.

= Energiakorlatozas — teljesitmény (kW) vagy dramerdsség (A).

"6.5.2 Digitalis bemeneteken keresztll aktivalt dramforras-
korlatozas" [» 43]

= A teljes hdszivattylrendszer (a beltéri egység és a kiegészité flitGelem)
fogyasztasanak korlatozasat teszi lehetévé 4 digitalis bemenettel.

= Energiakorlatozas — teljesitmény (kW) vagy dramerdsség (A).
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# Energiafogyasztas-vezérl6
3 |"6.5.4 BBR16 dramforrds-korlatozas" [» 44]

= Korlatozas: Csak svéd nyelven érhetd el.

= Lehet6vé teszi a BBR16 szabdlyozasoknak (svéd energiaszabalyozasok)
vald megfelelést.

= Energiakorlatozas — teljesitmény (kW).

= Kombinalhato a tobbi kW-alapu energiafogyasztas-vezérlével. Ha igy tesz,
az egység a legszigorubb vezérlést fogja hasznalni.

MEGJEGYZES
A hdszivattylra az ajanlottnal alacsonyabb névleges aramerdsség kiilsé biztositékot

is fel lehet szerelni. Ehhez modositania kell a [2-0E] helyszini beallitast aszerint, hogy
legfeljebb mekkora erésségli aram vezethetd a hészivattyuba.

Vegye figyelembe, hogy a [2-OE] helyszini bedllitds felllirja az energiafogyasztds-
vezérl6 minden mas beallitasat. A hdszivattyd dramerGsségének korlatozasa
csokkenteni fogja a teljesitményt.

MEGJEGYZES
Allitson be +3,6 kW minimalis daramfogyasztasi értéket a kdvetkezék érdekében:

= A jégmentesités Gzemmaod biztositasara. Ellenkez6 esetben, ha a jégmentesités
tobbszor is megszakad, a h6eseréld befagyhat.

= A térflités és a HMV-elGallitds biztositdsara a kiegészit6é flitéelem 1. Iépésének
engedélyezésével.

= Alegionella elleni izemmaod biztositasara.

6.5.1 Folyamatos aramforras-korlatozas

A folyamatos dramforras-korlatozdas a rendszer maximalis feszlltség- vagy
aramerd@sség bemenetének biztositasa érdekében hasznos. Bizonyos orszagokban
jogszabalyok  korldtozzak a  térfltés és a HMV-elGallitds maximalis
aramfogyasztasat.

Pi

DI~

ot

P, Aramforras-bemenet
t 1d§

DI Digitélis bemenet (dramforrds-korlatozasi szint)
a Aramforras-korlatozas aktiv

b Tényleges daramforras-bemenet

Osszeallitas és konfiguralas

= Nincs szUkség tovabbi berendezésre.

= Allitsa be az energiafogyasztds-vezérlSt [9.9] a felhasznaldi feliilet segitségével
(lasd: "Energiafogyasztas-vezérld" [» 202]):

- Valassza a folyamatos korldtozas modot
- Vadlassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy dramerd@sség (A))

- Allitsa be a kivant dramforras-korlatozasi szintet
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6.5.2 Digitalis bemeneteken keresztll aktivalt dramforras-korlatozas

Az dramforréds-korlatozas energiagazdalkodasi rendszerrel kombinalva is hasznos.

A teljes Daikin-rendszer teljesitménye vagy aramforrasa digitdlis bemeneteken
keresztil, dinamikusan van korlatozva (legfeljebb négy 1épés). Az egyes dramforras-
korlatozasi szintek a taviranyitd segitségével allithatdak be, a kovetkezdk egyikének
korldtozasaval:

= Jelenlegi (A)
= Teljesitményfelvétel (kW)

Az energiagazddlkodasi rendszer (nem tartozék) dont egy bizonyos aramforras-
korldtozasi szint aktivalasardl. Példa: A teljes hdz maximalis dramanak (vilagitas,
haztartasi készllékek, térflités...) korlatozasa.

Sl

A
A Kiltéri egység
B Beltéri egység
C Energiagazdalkodasi rendszer
a Aramforras-korlatozasi szint (4 digitalis bemenet)
b Kiegészitd flitGelem
Pi
a
DI |7 /
DI3
b
DI4 /
rt
P, Aramforras-bemenet

t 1d6
DI Digitélis bemenetek (dramforrds-korlatozasi szintek)
a Aramforrds-korldtozas aktiv

b Tényleges dramforras-bemenet

Osszedllitas
= Kommunikacios PCB (EKRP1AHTA opcid) sziikséges.

= Legfeljebb négy digitdlis bemenet haszndlatdval aktivdlhaté a megfeleld
aramforras-korlatozasi szint:

- DI1=leger&sebb korlatozas (legkisebb energiafogyasztas)

- Dl4=leggyengébb korlatozas (legmagasabb energiafogyasztas)
= Adigitalis bemenetek (DI) miszaki jellemzéi:

- DI1: S9S (korlatozas 1)

- DI2:S8S (korlatozas 2)

- DI3: S7S (korlatozas 3)

- DI4: S6S (korlatozas 4)

= Tovabbi informdcidért lasd a kdbelezési rajzot.

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 3R F 43
4P629093-1B —2022.05



6 | Hasznalati irdnyelvek

Konfiguralas

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [9.9] a felhasznaldi fellilet segitségével
(az 6sszes bedllitas leirdsa: "Energiafogyasztas-vezérl§" [» 202]):

- Vdlassza a digitdlis bemeneteken keresztiili korlatozast.

- Vdlassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy dramer@sség (A)).

- Allitsa be az egyes digitalis bemeneteknek megfelels, kivant aramforrds-

korlatozasi szintet.

INFORMACIO

i

Abban az esetben, ha (egyszerre) tobb mint 1 digitalis bemenet van zarva, a digitalis
bemenetek prioritasa rogzitett: DI4 prioritds>...>DI1.

6.5.3 Az aramforras-korlatozas folyamata

A kiltéri egység nagyobb hatékonysdgot nyujt, mint az elektromos flt6elem. Ezért
a rendszer el8szor az elektromos flt6elemet korldtozza és kapcsolja KI. A rendszer

a kovetkezd sorrendben korlatozza az dramfogyasztast:

1 Klkapcsolja a kiegészit6 fit6elemet.
2 Korlatozza a kultéri egységet.
3 KIKAPCSOLJA a kiltéri egységet.

Példa

Ha a konfiguralas a kovetkezd: Az aramforrds-korlatozas szintje NEM engedélyezi a

kiegészité fitGelem (1. 1épés) miikodését.

Ebben az esetben az dramfogyasztas korlatozdasanak menete a kovetkezd:

Ph

P, ElGéllitott h

C. Felhasznalt energia

A Kultéri egység

B Kiegészits flitGelem

a Akultéri egység korlatozott mikodése

b Akultéri egység teljes korld mikodése

¢ Kiegészitd flitéelem (1. fok.) BE van kapcsolva

6.5.4 BBR16 dramforras-korlatozas

INFORMACIO

i

svéd.

A Korlatozas: BBR16-beallitasok csak akkor lathatdk, ha a felhasznaldi felilet nyelve

SzerelGi referencia-Utmutato
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MEGJEGYZES
2 hét all rendelkezésre a médositasra. A BBR16 aktivalasa utdan minddssze 2 hete

van a bedllitasok modositasara  (BBR16 aktivalasa és BBR16
teljesitménykorldtozasa). 2 hét elteltével az egység rogziti ezeket a
beallitasokat.

Megjegyzés: Ez kilonbozik a folyamatos arramforras-korlatozastél, amely mindig
mddosithatd.

Hasznalja a BBR16 dramforrds-korldtozast, amikor meg kell felelnie a BBR16
szabalyozasoknak (svéd energiaszabalyozasok).
A BBR16 dramforras-korlatozast kombindlhatja a tobbi energiafogyasztas-
vezérlével (kW). Ha gy tesz, az egység a legszigorubb vezérlést fogja hasznalni.

Pi

1 a
BBR16 =

t

P, Aramforras-bemenet
t 1d6
BBR16 BBR16 korlatozasi szint
a Aramforras-korlatozas aktiv
b Tényleges aramforras-bemenet

Osszeallitas és konfiguracié
= Nincs szUkség tovabbi berendezésre.

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlSt [9.9] a felhasznaldi feliilet segitségével
(lasd: "Energiafogyasztas-vezérlg" [» 202]):

- A BBR16 aktivalasa

- Allitsa be a kivant dramforras-korlatozasi szintet

6.6 Kilsé hémérséklet-érzékeld bedllitasa

Egyetlen kils6 hémérséklet-érzékel6t csatlakoztathat. Ez méri a beltéri és a kilsé
hémérsékletet. A kdvetkezd esetekben ajanljuk egy kils6é h&mérséklet-érzékeld
haszndlatat:

Beltéri kornyezeti h6mérséklet

= Szobaban taldlhatd termosztatvezérlés, a dedikalt kényelmi felhaszndloi felllet
(szobatermosztdtként haszndlt BRCIHHDA) méri a bels6 kornyezeti
hémérsékletet. Ezért a dedikalt kényelmi felhasznaldi fellletet olyan helyen kell
elhelyezni:

- Ahol a szobdban az dtlaghémérséklet érzékelhetd

Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak
Ahol NINCS a kozelben héforras

Amelyre NINCS hatassal a kiltéri levegd vagy huzat, példaul ajtonyitds/-zéras
miatt

= Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli beltéri érzékel§ csatlakoztatdasat javasoljuk
(KRCSO1-1).
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= Bedllitds: A szerelési Utmutatdsokat lasd a tavoli beltéri érzékel§ szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

= Konfiguralas: A szobai érzékel kivalasztasa [9.B].

Kiiltéri kornyezeti h6mérséklet

= A klltéri egység a kils6 kornyezeti hémérsékletet méri. Ezért a kiltéri egységet
olyan helyen kell elhelyezni:

- Amely hdz északi oldaldn vagy azon az oldalon taldlhatd, ahol a legtdbb
hékibocsatd helyezkedik el

- Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak

= Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli kultéri érzékeld csatlakoztatdsat ajanljuk (opcid
EKRSCA1).

= Osszedllitds: A szerelési Utmutatdsokat lasd a tdvoli kiltéri érzékeld szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

= Konfiguracio: A kultéri érzékel6 kivalasztdsa [9.B].

= Amikor a kultéri egység energiatakarékos funkcidja aktiv, a kiltéri egység
kikapcsol, hogy készenléti allapotban a rendszer kevesebb energiat fogyasszon.
Ennek eredményeként a kilsé kdrnyezeti hémérsékletet a rendszer NEM olvassa.

= Ha a kivant kilépd vizhémérséklet az id6jaras fuggvénye, fontos a kiltéri
hémérséklet allandé mérése. Ez egy Ujabb ok az opciondlis kiltéri kornyezeti
hémérséklet-érzékels felszerelésére.

INFORMACIO

A kultéri kornyezeti h6mérséklet-érzékelé adatai (atlagoltak vagy pillanatnyiak) az
idéjarasfuggd vezérlés gorbéiben hasznalatosak az automatikus hitési/flitési atallas
logika részeként. A kultéri egység védelme érdekében annak belsé érzékelGje
folyamatosan hasznalatban van.

i
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7 Egység beszerelése

i

INFORMACIO

Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum h(téssel foglalkozd
részei NEM alkalmazhatok.

Ebben a fejezetben

7.1

7.2

7.3

7.4

A berendezés helyének el6készitése 47
7.1.1 A kultéri egység tizembe helyezései kévetelményei. 48
7.1.2 A kultéri egység Gizembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton... 50
7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozé kovetelmények 51
7.1.4 Az R32 egységekre vonatkozd specidlis KOVETEIMENYEK .......coiiiiiiiiiicc e 52
7.1.5 Uzembehelyezési sablonok 53
Az egységek felnyitdsa és lezardsa 57
7.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa.... 57
7.2.2 A kultéri egység felnyitasa 57
7.2.3 A KUIEETT @YSEE IEZATASA ...ttt s ettt s sttt 58
7.2.4 A beltéri egység felnyitasa 58
7.2.5 A beltéri egység kapcsolddobozanak leengedése 60
7.2.6 A beltéri egység bezarasa .... 61
A kultéri egység felszerelése ..... 61
7.3.1 A kultéri egység felszerelésének részletei .. 61
7.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor 61
7.33 A felszereléshez hasznalt struktura biztositasa 61
7.3.4 Akultéri egység felszerelése..... 64
7.35 A vizelvezetés biztositasa..... 65
7.3.6 A kultéri egység led6lésének megakaddlyozasa.... 67
A beltéri egység felszerelése 68
7.4.1 A beltéri egység felszerelésének bemutatésa .... 68
7.4.2 Ovintézkedések a beltéri egység felszerelESEKOr .........oiiviiieieeeeeeeeeeeee e 68
7.4.3 A beltéri egység felszerelése 68
7.4.4 A leereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leereszt6hoz 69

7.1 Aberendezés helyének el6készitése

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

NEM szabad az egységet gyakran haszna
elhelyezni. Olyan Uzemekben (példaul &r

t helyen, példdul munkakornyezetben
6malmokban), ahol nagy mennyiségben

keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

MEGJEGYZES
Az egységet 2 h6mérsékleti zondban vald haszndlatra tervezték:

= padloflités a f6 zénaban; ez a legalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezd
zona,

* radidtorok a kiegészit6 zondban;, ez a legmagasabb vizhGmérséklettel
rendelkezd zéna.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mukodik allandé gyujtdforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).
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FIGYELEM
NE haszndljon Ujra olyan h(it6kozegesdvet, amelyet mar hasznaltak mas

hitékozeggel. Cserélje ki vagy tisztitsa meg alaposan a h(itékozegcséveket.

7.1.1 AKkultéri egység Gzembe helyezései kovetelményei

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az alabbi elGirasokat is:

= A felszerelés helyére vonatkozd altalanos elGirasok. Lasd az “Altaldnos biztonsagi
ovintézkedések” fejezetet.

= A hit6kozegcsovekre vonatkozd kovetelmények (hossz  szintkilonbség).
Tovabbiak az “El6késziletek” fejezetben.

Vegye figyelembe a térkozokkel kapcsolatos kdvetkez§ irdanyelveket:
>250  >350

<1200

(mm)

a Levegbkimenet
b LevegSbemenet

INFORMACIO

Ahol zavaro lehet a mikodés hangja (példaul haldészoba kdzelében), felszerelhet egy
zajcsokkenté fedelet (EKLNO8A1) a kultéri egység miikodése hangjanak csillapitdsa
érdekében. Ha felszereli ezt, vegye figyelembe a térkozokkel kapcsolatos kovetkezé
iranyelveket:

R RSN
N ‘\%SS& Fid4+ 4>100
\ §§§: i
§ S s

i @

>350

> |
B> i

<
TR
(mm)

a Zajcsokkent6 fedél

@ MEGJEGYZES
* NE helyezze egymasra az egységeket.

= NE fliggessze a mennyezetre az egységet.

A kiltéri egység levegSkimenetét ér§ erls szél (=18 km/h) rovidzarlatot okoz (az
elvezetett leveg@ beszivasa miatt). Ez az alabbi kovetkezményekkel jarhat:

= a mikodési teherbirds csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulas a f(itési Gzemmaodban,
= a mkodés megszakaddsa a nyomas tulzott csokkenése vagy novekedése miatt,

= a ventilator karosoddsa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a levegSkimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Ajanlott Ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a levegébemenet a falra nézzen, és
NE legyen kozvetlenll kitéve a szélnek.

L7

¢

a

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
¢ Levegbkimenet

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:
= Zavaro lehet a mikodés hangja (példaul halészoba kozelében).

Megjegyzés: Ha tényleges zembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kdrnyezeti hang- és zajvisszaver8dés miatt a mért érték magasabb lehet a
mUszaki  adatok  kézikdonyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomadsszintnél.

= Ahol dsvédnyolajpara, olajos permet vagy gbéz lehet a leveg6ben. A mdlanyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmdlvekre vagy hajoékra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Felszerelés tengerparti teriileteken. A kiltéri egység semmiképpen NE legyen
kozvetlendl kitéve a tenger felél érkezd szélnek. Ezzel megel6zhetd a levegdben
hordozott nagy mennyiségl so 4dltal okozott korrézid, amely az egység
élettartamanak csokkenését okozhatja.

A kiltéri egységet Ugy szerelje fel, hogy dvva legyen a kozvetlen tengeri
szélmozgdsoktol.

Példa: Egy épllet mogott.

H HHHHEA

| [

Ha a kultéri egység kozvetlenll ki van téve a tenger fel6l érkezé szélnek, szereljen
fel szélfogot.

= A szélfogd magassaga legyen >1,5xa kiltéri egység magassaga

= A szélfogd felszerelésekor tartsa szem el6tt a szerelési térre vonatkozd
kovetelményeket.
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o
Qo
H HHBHBA

[ 1]

Tengeri szél
Epilet

Kultéri egység
Szélfogd

o n T O

A kiltéri egységet kizardlag kiltéri hasznalatra, az aldbbi kilsé hémérsékleti
tartomanyokra tervezték:

H{tés mod 10~43°C
Flités mod —25~25°C

7.1.2 AKkultéri egység izembe helyezései kdvetelményei hideg éghajlaton

Az alacsony kilsé hémérséklet( és er6sen paras, vagy jelentds havazdsok sujtotta
terlleteken vald hasznalatkor a megfelel6 mikodés biztositdsa érdekében tavolitsa
el a szivordcsot.

A terlletek nem teljes listaja: Ausztria, Csehorszag, Dania, Esztorszag, Finnorszag,
Németorszdg, Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Norvégia, Lengyelorszag,
Romadnia, Szerbia, Szlovakia, Svédorszag...

1 Tavolitsa el a szivordcsot tartd csavarokat.
2 Vegye le a szivoracsot, és dobja ki.

3 Csavarja vissza a csavarokat az egységre.

a Szivoracs

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastdl, és Ugyeljen rd, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a ho.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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Hotol véds fedél vagy fllke
Allvany

Uralkodd szélirdny
Leveg6kimenet

EKFTOO8D opcionalis készlet

D Qn TO

Minden esetben hagyjon legaldbb 300 mm szabad helyet az egység alatt. Arrdl is
bizonyosodjon meg, hogy az egység legaldbb 100 mm-rel a hd varhaté maximalis
szintje folott van. Tovabbi informaciok: "7.3 A kiltéri egység felszerelése" [» 61].

Olyan helyeken, ahol er6s havazds lehetséges, nagyon fontos olyan lGzembe
helyezési helyet valasztani, ahol a hé NINCS hatdssal az egység mikodésére. Ha
oldalirdnyu havazas is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserél6t NE érje a hod.
Szlkség esetén szereljen fel hotdl véds fedelet vagy fllkét és allvanyt.

7.1.3 Abeltéri egység felszerelési helyére vonatkozd kdvetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az el6irdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [r 10] fejezetben.

i

= A beltéri egységet kizardlag beltéri hasznalatra és az aldbbi tartomanyokba esd
kornyezeti hémérsékletre tervezték:

- Térfltés tzemmad: 5~30°C
- Térh(ités Gzemmod: 5~35°C
- Hasznadlati meleg viz el6allitdsa: 5~35°C

= Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos kovetkezd iranyelveket:

A maximalis h(it6kdzeges6-hossz® a beltéri és a kiiltéri egység 30m
kozott
A minimalis h(itékozegcsé-hossz® a beltéri és a kiiltéri egység 3m
kozott

A maximalis szintklonbség a beltéri és a kiltéri egység kozott:

Ha a kiltéri egység (ERGAOGE AV3HV or 30m
ERGAOSE AV3H V) a legmagasabb helyzetben van
Ha a kiltéri egység (ERGAO4E AV3 'V vagy 20m

ERGA04~08E AV3AV ) a legmagasabb helyzetben van

Ha a beltéri egység a legmagasabb helyzetben van 20m

@ A h(it6kozegesd-hossz a folyadékesdvek egyirdnyl hossza.
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= Vegye figyelembe a térkozok kialakitasaval kapcsolatos kdvetkez§ irdnyelveket:

° ELd
>300\

2500

2600

(mm)

A térkozokre vonatkozd irdnyelveken kivil azt is figyelembe kell venni, hogy a
helyiség, ahova beszereli a beltéri egységet, az "7.1.5 Uzembehelyezési
sablonok" [» 53] részben leirtaknak is megfeleljen.

INFORMACIO

Ha korldtozott a felszereléshez rendelkezésre allo hely, végezze el az alabbiakat,
mielétt az egységet a végsé pozicioba helyezi: "7.4.4 A leeresztétomld
csatlakoztatasa a leereszt6hoz" [» 69]. El kell tavolitani az egyik oldalpanelt vagy
mindkettot.

i

= Az alapnak elég erdsnek kell lennie, hogy elbirja az egység sulyat. Ehhez az
egység, valamint egy vizzel teli haszndlatimelegviz-tartaly sulyat vegye
figyelembe.

Gondoskodjon arrdl, hogy vizszivargds esetén a viz ne tegyen kart az lUzembe
helyezési helyiségben és annak kdrnyezetében.

NE szerelje fel az egységet olyan helyeken, ahol:

= Ahol dsvdnyolajpéra, olajos permet vagy g6z lehet a leveg6ben. A mdlanyag
alkatrészek kdrosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

= Zavaro lehet a mikoddés hangja (példaul haldszoba kozelében).

= Magas paratartalmu helyeken (maximdlis relativ paratartalom (RH)=85%), példaul
fird&szobaban.

= Olyan helyeken, ahol fenndll a fagyas lehet6sége. A beltéri egység koril a kilsé
hémérsékletnek 5°C-nal nagyobbnak kell lennie.

MEGJEGYZES
Ha 1 termosztat tobb szobdban vezérli egyszerre a hémérsékletet, NE helyezze a

termosztatikus szelepet annak a szobdnak a kibocsatdjara, ahol a termosztat fel van
szerelve.

7.1.4 Az R32 egységekre vonatkozd specidlis kovetelmények

A térkozokre vonatkozd iranyelveken kivil azt is figyelembe kell venni, hogy a
helyiség, ahova beszereli a beltéri egységet, az "7.1.5 Uzembehelyezési
sablonok" [» 53] részben leirtaknak is megfeleljen.

é FIGYELEM
= NE szurja fel, vagy tegye ki h& hatdsanak a h(it6kozegkor alkatrészeit.

= NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktdl eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

= Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(it6kozeg teljesen SZAGTALAN.
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FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem muikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészulék vagy elektromos flit6berendezés) és a az alabbi alapterilet( helyiséget
kell biztositani.

MEGJEGYZES

® NE hasznadlja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégyriket.

felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin
utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi elGirasoknak, illetve
arra, hogy a munkét KIZAROLAG erre jogosul személy végezze el.

MEGJEGYZES

= A helyszini csoveket védje a fizikai sérilésektdl.

* A h(it6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatdsdra hasznalt idomokat ugy kell

= Alehet6 legkevesebb csévezetéket hasznalja.

7.1.5 Uzembehelyezési sablonok

A rendszer teljes h(it6kdzeg-mennyiségétdl és attédl figgden, hogy milyen tipusu helyiségben helyezik zembe a
beltéri egységet, kilonboz6 lizembehelyezési sablonok engedélyezettek:

Ha... Akkor...
A rendszer teljes hiitokozeg- A helyiség tipusa Engedélyezett sablonok
mennyisége
<1,84 kg (vagyis a cs6hossz 27 m-nél Osszes 1.
kisebb) (A 2., 3. és 4. felesleges. Nem kell
ellenérizni a minimalis alapteriletet,
és nem kell szell6z6nyildsokat
biztositani.)
>1,84 kg (vagyis a cs6hossz legaldbb Nappali, konyha, gardzs, padlas, 2., 3.
27 m) pince, taroldhelyiség
M(szaki helyiség (azaz olyan 2.,3.,4.
helyiség, amelyben SOHA nem
tartézkodnak huzamosabb ideig)
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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1. SABLON 2. SABLON 3. SABLON 4. SABLON
(A (A A (B (A]
a2 a2
2 2 8 a
a1l a1
Szell6z6nyilasok N/A N/A Az A és B helyiség Az A helyiség és a
kozott kiltér kozott
Minimalis alapterilet N/A A helyiség A helyiség+B N/A
helyiség
Korlatozasok Lasd: "1. Lasd: "2. és 3. SABLON" [» 54] Lasd: "4.
SABLON" [» 54] SABLON" [» 56]

(A} A helyiség (=a helyiség, ahol a beltéri egység fel lett szerelve)

(B B helyiség (=a szomszédos helyiség)

al Természetes szell6zést biztositd also nyilas

a2 | Természetes szell6zést biztositd felsé nyilas

1. SABLON

Az 1. SABLON esetében csak "7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozé kovetelmények" [» 51] részben
leirt, térkdzokre vonatkozo iranyelveknek kell megfelelnie.

2. és 3. SABLON

A 2. ésa3.SABLON esetében "7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd kovetelmények" [» 51] részben
leirt, térkozokre vonatkozd irdnyelvek mellett a minimalis terlletre vonatkozd kovetelményeknek is meg kell
felelnie, a kovetkezd folyamatabra szerint. A folyamatabra a kdvetkez6 tablazatokat hasznalja: "16.5 1. tablazat —
Maximalis megengedett h{t6kdzeg-mennyiség helyiségenként: beltéri egység" [» 264], "16.6 2. tablazat —
Minimalis alapterllet: beltéri egység" [» 265] és "16.7 3. tabldzat — Természetes szell§zést biztositd alsd nyilds
minimalis terllete: beltéri egység" [» 265].

INFORMACIO

Tobb beltéri egység. Ha kettd vagy tobb beltéri egység van Gzembe helyezve egy
szobaban, a szobaban az EGYSZERI szivargas esetén maximalisan elvezethetd
hltékozeg-mennyiséget kell figyelembe venni. Példa: Ha két beltéri egység van
Uzembe helyezve egy szobdban, és mindkett6hoz kilon kiltéri egység tartozik, a
legnagyobb beltéri-kiltéri kombinacié hiit6kdzeg-mennyiségét kell figyelembe venni.

i
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Elinditas

!

Szerel6 altal megadott adatok:
= Teljes hit6kdzeg-mennyiség (m,) (kg)
* Az A helyiség terilete (A, ..) (M?)

Szerel6 altal megadott adatok:
= Szomszédos B helyiség teriilete

(o) (1)
!

Hasznalja a "Miszaki adatok" fejezetben
talalhato 1. tablazatot az A helyiségre
vonatkozé maximalis megengedett
hiitékézeg-mennyiség (m,__) (kg)
kiszamitasahoz.

Hasznalja a "MUszaki adatok" fejezetben
talalhato 2. tablazatot a teljes hiitékdzeg-men-
nyiséghez (m,) szlikséges minimalis
alapterilet (A (m?) kiszamitasahoz.

min ssz.)

Nem

< +, ?
Avin 5552 5P helyiség Ag helyiség *

Hatarozza meg a hlitékézeg azon menny-
iségét, amely tullépi a kdvetkez6t:
m__ (dm) (kg). (dm=m —-m

o)

l

Az egység az A szobaban a szoba méretére
vagy a szell6ztetésre vonatkozé tovabbi
kévetelmények teljesiilése nélkil felszerel-
hetd.

Hasznadlja a "MUszaki adatok" fejezetben
talalhato 3. tablazatot és a dm értéket az A és
B helyiség kozotti alsé természetes
szell6zényilas minimalis terlletének

(Anv-min) (cm?) kiszamitasahoz.

!

Forduljon a forgalmazéhoz.

= Alsé nyilas (A,,,):

* Felsé nyilas:

= 21,5 m tavolsagra kell lennie a padlo6tol.

= Allandd, nem zarhaté nyilasnak kell lennie.

= Teljes egészében 0 és 300 mm kozott kell elhelyezkednie a padlotol.

= Legalabb akkoranak kell lennie, mint az Any-min (alsé nyilas minimalis terilete).

= A sziikséges nyilas Any-min terlletének 250%-a <200 mm tavolsagra helyezkedhet el a padiétol.
= A nyilas aljanak <100 mm tavolsagra kell lennie a padlétol.

= Ha a nyilas a padlotol kezdédik, a magassaganak 220 mm-nek kell lennie.

= Allandd, nem zarhato nyilasnak kell lennie.
= Az Anv-min (als6 nyilas minimalis teriilete) 250%-anak kell lennie.

Az egység felszerelhet6 az A helyiségben, amennyiben 2 szell6zényilas (egy felll és egy alul) talalhaté az A és B helyiség kozott a természetes szell6zés
biztositasa érdekében. A nyilasoknak a kdvetkezd feltételeknek kell megfelelnilik:

Legalabb az

Anv-min 50%-a

AnvZAny-min)
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4. SABLON

A 4. SABLON hasznalata csak mdszaki helyiségekben engedélyezett (azaz olyan
helyiségekben, amelyekben SOHA nem tartdzkodnak huzamosabb ideig). Ennél a
sablonndl nincsenek a minimalis alapteriletre vonatkozd kovetelmények,
amennyiben biztosit 2 szell6z6nyildst (egyet alul, egyet felll) a helyiség és a kultér
kozott a természetes szell6zés érdekében. A helyiséget meg kell védeni a fagy
ellen.

Min. 50% of A, i 32 —

Ay A al-

nv-min)

(A} A hasznalaton kivili helyiséget, ahol a beltéri egység fel lett szerelve,

meg kell védeni a fagy ellen.

al | A, Természetes szell§zést biztosito alsé nyilas a haszndlaton kivili
helyiség és a kultér kozott.

= Allando, nem zarhatd nyildsnak kell lennie.
= Atalajszint felett kell lennie.

= Teljes egészében 0 és 300 mm kozott kell elhelyezkednie a
hasznalaton kivili helyiség padléjatdl.

= Legaldbb akkordnak kell lennie, mint az A, (alsé nyilds minimalis
terllete, az alabbi tablazat szerint).

= A szlkséges nyilds A, terlletének legaldbb 50%-a maximum
200 mm tavolsagra kell, hogy legyen a hasznalaton kivili helyiség
padlojatol.

= Az alsé nyilds aljdnak a hasznalaton kivili helyiség padlojatoél legfeljebb
100 mm-re kell lennie.

= Ha a nyilds a padlotdl kezddik, a magassaganak legaldbb 20 mm-nek
kell lennie.

a2 | Természetes szell6zést biztositd felsd nyilas az A helyiség és a kiiltér
kozott.

= Allandd, nem zarhaté nyildsnak kell lennie.

= Legaldbb az A, ., (alsé nyilds minimalis terllete, az aldbbi tablazat
szerint) 50%-aval megegyezd teriletlinek kell lennie.

= A hasznalaton kivili helyiség padléjatél legalabb 1,5 m-re kell lennie.

A, i (@ természetes szellGzést biztosito alsé nyilds minimalis teriilete)

A hasznalaton kivili helyiség és a kultér kozotti természetes szell6zést biztositd alséd
nyilds minimalis szikséges terllete a rendszer teljes h(it6kozeg-mennyiségétd|
figg. A hiit6kozeg-mennyiség kodztes értékeihez haszndlja a nagyobb értéket
tartalmazé sort. Példa: Ha a hiit6kozeg-mennyiség 4,3 kg, hasznalja a 4,4 kg sorat.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Teljes hiit6k6zeg-mennyiség (kg) A, min (dm?)
2 7,2
2,2 7,5
2,4 7,8
2,6 8,2
2,8 8,5
3 8,8
3,2 9,1
3,4 9,3
3,6 9,6
3,8 9,9
4 10,1
4,2 10,4
4.4 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1
5 11,3
5,2 11,5
5,4 11,8
5,6 12,0
58 12,2

7.2 Az egységek felnyitasa és lezarasa

7.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatdsa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= A ht6kozegesovek csatlakoztatasakor
= Az elektromos huzalozas csatlakoztatasakor

= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltgyelet nélkil az egységet.

7.2.2 AKkultéri egység felnyitdsa

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE
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Lasd: "8.2.8 HUtdkozegesovek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez" [» 77] és
"9.2.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [» 99].

7.2.3 AKkultéri egység lezarasa

1 Zarja be a kapcsolédoboz fedelét.

2 Zérjale a szervizfedelet.

MEGJEGYZES
A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE

|épje tul a 4,1 Nem értéket.

7.2.4 A beltéri egység felnyitasa

Attekintés

Felsd panel

Felhasznaldi felllet panelje

A kapcsolédoboz fedele

ElulsS panel

MagasfeszUltségli kapcsolddoboz fedele

oD QO n T O

Felnyitas

1 Tavolitsa el a fels6 panelt.

2 Tavolitsa el a felhaszndloi felllet paneljét. Nyissa ki a zsanérokat felll, és
csusztassa felfelé a fels6 panelt.

MEGJEGYZES
Ha eltavolitja a felhasznaldi fellleti panelt, a kabeleket is valassza le a hatuljardl,

nehogy megsértljenek.
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4 Ha szikséges, tavolitsa el az ellls6é panelt. Erre példaul az aldbbi esetekben
van szikség:

= "7.2.5 A beltéri egység kapcsolddobozanak leengedése" [» 60]
= "7.4.4 Aleereszt6tomlb csatlakoztatdsa a leeresztéhoz" [» 69]
* Ha hozza kell férnie a magasfesziltség(i kapcsolddobozhoz

,//
5 Ha hozzd kell férnie a magasfesziltségli alkatrészekhez, vegye le a
magasfesziiltségl kapcsolddoboz fedelét.
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)\

7.2.5 A beltéri egység kapcsoldodobozanak leengedése

A felszerelési eljards soran hozza kell férnie a beltéri egység belsejéhez. Az elolrdl
valé konnyebb hozzaférés érdekében helyezze a kapcsolédobozt alacsonyabbra az
egységen az aldbbiak szerint:

El6feltétel: A felhasznaldi felllet panelje és az ellils6 panel el lett tavolitva.
1 Tavolitsa el a rogzitlemezt az egység tetejérdl.

2 Dontse meg el6refelé a kapcsolddobozt, és emelje le a zsanérokrél.

3 Helyezze a kapcsolédobozt alacsonyabbra az egységen. Haszndlja az egységen
alacsonyabban |évé 2 zsanért.
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7.2.6 A beltéri egység bezarasa

Zarja le a kapcsolddoboz fedelét.

Tegye vissza a kapcsoldédobozt a helyére.
Ismételten szerelje fel a fels6 panelt.
Szerelje vissza az oldalpaneleket.
Ismételten szerelje fel az eliilsé panelt.

Csatlakoztassa vissza a kabeleket a felhasznaldi feltlethez.

N O o A WIN BB

Szerelje fel Ujra a felhasznaldi felllet paneljét.

MEGJEGYZES
A beltéri egység boritdjanak lezarasakor tgyeljen arra, hogy a meghtzonyomaték NE

|épje tul a 4,1 Nem értéket.

7.3 AkuUltéri egység felszerelése

7.3.1 AKkultéri egység felszerelésének részletei

Mikor

ElGszor a kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a hit6kozeg- és
vizcsdveket csatlakoztathatna.

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemz6en a kovetkezd |épésekbdl all:
1 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositasa.

A kultéri egység felszerelése.

A vizelvezetés biztositdsa.

Az egység led6lésének megakadalyozasa.

U b W N

Az egység ho és szél elleni védelme hdéfedél és terelSlemez felszerelésével.
Lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 47].

7.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 10]

= "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 47]

7.3.3 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositasa
Ellendrizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az egység ne vibréljon,
és ne okozzon zajt.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.
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Ez a témakdr a felszereléshez hasznalt kilonb6z8 szerkezeteket ismerteti.
Mindegyik esetben hasznalja M8 vagy M10 horgonycsavarok, anyak és
csavaraldtétek 4 készletét. Minden esetben hagyjon legaldbb 300 mm szabad
helyet az egység alatt. Tovdbba bizonyosodjon meg arrdél, hogy az egység legaldbb
100 mm-rel a ho varhaté maximadlis szintje folott van.

i

INFORMACIO

A csavarok feltl kidllo részének maximélis magassaga 15 mm.

i @

INFORMACIO

Ha az U-csoveket a zajcsokkentd fedéllel (EKLNO8A1) egyiitt szereli fel, az U-csovekre
mas szerelési utasitasok érvényesek. Lasd a zajcsokkent§ fedél szerelési
kézikonyvében.

a Zajcsokkentd fedél
b A zajcsokkent6 fedél also alkatrészei

¢ U-csovek

1. opcid: "Alatamasztott flexi-foot" régzitétalpakon

a Maximalis hdesési magassag

2. opcid: Mlanyag rogzit6talpakon

Ebben az esetben az egységhez tartozékként mellékelt csavarokat, anydkat,
alatéteket és rugds alatéteket hasznalhatja.

SzerelGi referencia-Utmutato
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3. opcid: Talapzaton az EKFTO08D opcionalis készlettel

Az EKFTO08D opcionalis készlet olyan terileteken ajanlott, ahol jellemz8 az erds
havazas.

(mm)

a Maximalis hdesési magassag
b EKFTOO08D opcionalis készlet

4. opcio: Fali allvanyokon az EKFTO08D opcionalis készlettel

Az EKFTO08D opcionalis készlet olyan terileteken ajanlott, ahol jellemzd az erds
havazas.
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a Maximalis hdesési magassag
b EKFTOO8D opcionalis készlet
¢ Rezgéscsokkentd gumi (nem tartozék)

L/

7.3.4 AKklltéri egység felszerelése

VIGYAZAT
NE tdvolitsa el a véd6kartont az egység megfeleld felszerelése el6tt.

1 Emelje fel a kiltéri egységet a "4.1.2 A kiiltéri egység kezelése" [» 23] fejezet
szerint.

2 Szerelje fel a kdvetkez6k alapjan a kiltéri egységet:

Szerel6i referencia-ttmutato PDAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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= (1) Allitsa az egységet megfelel§ pozicidba (a bal oldali hevederrel és a jobb
oldali fogantyuval).

» (2) Tavolitsa el a hevedert (a heveder egyik oldalat meghuzva).

* (3) Rogzitse az egységet.

::J [
T

z N/

g7

|
B

a Levegbkimenet

\ |
S\ W/ +
< -

MEGJEGYZES
MegfelelGen helyezze el az egységet. Bizonyosodjon meg rola, hogy az egység hatso

oldala NEM ldég ki.

3 Tavolitsa el a véddkartont és az Utmutatot.

a Védd&karton
b Utmutato

7.3.5 A vizelvezetés biztositasa

Gy6z8djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfelelSen el lehet vezetni.

Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet6vé teszi a megfelel elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Alakitson ki vizelvezet§ csatornat az alap kordl, amely elvezeti az egységtél a
vizet.

Gondoskodjon réla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszéssa.

Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizalld lemezt is az egység aljatdl
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsat az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezs abrat).
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MEGJEGYZES
Ha a kiltéri egység elvezet6nyilasai eldugulnak, biztositson legalabb 300 mm helyet a

kiltéri egység alatt.

= Csepptdlca. Az opciondlis csepptdlca (EKDPOO8D) az elvezetett viz gy(jtésére
haszndlhatd. A teljes szerelési Utmutatast ldsd a csepptdlca szerelési
kézikonyvében. Roéviden, a csepptalcat az aldbbiak szerint kell vizszintesen
(oldalanként 1° tliréshatarral) felszerelni:

a Csepptalca
b U-csovek
c Elvezetényilas szigetelése

= Csepptalca-flitGegység. Az opcionalis csepptalca-flitéegység (EKDPHOOSCA)
hasznalatdval elkeriilhet6 a csepptalca befagydsa. A szerelési Utmutatdsokat lasd
a csepptalca-ft6egység szerelési kézikdnyvében.

= Nem flit6tt elvezet6cs6. Ha a csepptalca-flitGegységet elvezetScsé nélkul vagy
nem f(tott elvezet8csével haszndlja, tavolitsa el az elvezetényilas szigetelését (az
abran a c elem).
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INFORMACIO

Ha a csepptalca készletet (csepptdlca-flitGegységgel vagy anélkil) a zajcsdkkentd
fedéllel (EKLNO8A1) egyutt szereli fel, a csepptdlca készletre mas szerelési utasitasok
érvényesek. Lasd a zajcsokkentd fedél szerelési kézikonyvében.

i @

a Zajcsokkent6 fedél
b A zajcsokkenté fedél alsoé alkatrészei
¢ Csepptalca készlet

d Csepptélca-flitéegység

7.3.6 AKkultéri egység ledblésének megakaddlyozdsa
Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erés szél megdontheti,
tegye a kovetkez6t:
1 Készitsen el6 2 kdbelt a kovetkezd illusztracidn jeldlt mddon (nem tartozék).
2 Helyezze a 2 kabelt a kiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiltéri egység kdzé, hogy a kabelek ne
karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa a kabelek végeit.

5 Szoritsa meg a kabeleket.
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7.4 A beltéri egység felszerelése

7.4.1 A beltéri egység felszerelésének bemutatdsa

Mikor

El6szor a kaltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a hltékozeg- és
vizcsoveket csatlakoztathatna.

Jellemz6 munkafolyamat

A beltéri egység felszerelése jellemz&en a kdvetkez§ 1épésekbdl all:
1 Abeltéri egység felszerelése.
2 Aleereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leereszt6hoz.

7.4.2 Ovintézkedések a beltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

°
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok" [» 10]

= "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 47]

7.4.3 A beltéri egység felszerelése

1 Emelje le a beltéri egységet a raklaprol, és helyezze a padldéra. Lasd még:
"4.2.3 A beltéri egység kezelése" [» 25].

2 Csatlakoztassa a leeresztécsovet a leereszt6hoz. Lasd: "7.4.4 A leereszt6tomlé
csatlakoztatdsa a leereszt6hoz" [» 69].
CsUsztassa a beltéri egységet a helyére.

4 Allitsa be a szintbedllitd ldbak magassagat a padld szabdlytalansigainak
kikliszobolése érdekében. A maximalis eltérés mértéke 1°.
<10

7

o
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MEGJEGYZES
Az egységet NEM szabad el6reddnteni:

v v X

7.4.4 Aleereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leeresztéhoz

A nyomascsokkent szelepbdl szivargd vizet a csepptalca fogja fel. A csepptdlca egy
leereszt6tomlére csatlakozik az egység belsejében. A leereszt6tomlét egy, a
vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6 leeresztéhoz kell csatlakoztatni. A
leereszt6tomlbt a bal vagy a jobb oldali oldalpanelen keresztll vezetheti.

El6feltétel: A felhasznaldi felllet panelje és az ellilsé panel el lett tavolitva.
1 Tavolitsa el az egyik oldalpanelt.
2 Vdagja ki a peremszorité gumikengyelt.
3 Huzza at a leereszt6tomlét a furaton.
4

Szerelje vissza az oldalpanelt. Ellendrizze, hogy a viz dramldsa biztositott-e az
elvezet6tomlén keresztul.

A viz gyljtéséhez ajanlott tolcsért hasznalni.

1. opcid: A bal oldali panelen keresztiil
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2. opcid: A jobb oldali panelen keresztiil
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8 CsOszerelés

i

INFORMACIO

Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

Ebben a fejezetben

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

A UtEKOZEGCSOVEK BIGKESZITESE ...ttt ettt ettt ettt eeneas 71
8.1.1 A hit6kézegesovekre vonatkozd KOVEEIMENYEK ...........ccoiiiiiiiiiiiii e 71
8.1.2 A h(itékozegesovek szigetelése.. 72
A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa 72
8.2.1 A hUtEKkOZegrsOVEK CSAtIAKOZIATASA. ... cviveriieiiieieei ettt 72
8.2.2 A hiitékozegesovek dsszekotésével kapesolatos biztonsagi elGIrasok.........ovveiiiirieiieiiecieiee e 73
823 Utmutatd a hlit8k6zegesoVvek BSSZEKGTESENEZ ............vvceivoriveeeeeeeseee e 74
8.2.4 Irdnyelvek a csovek hajlitasaval kapcsolatban... 74
8.2.5 A cs6vég peremezése 75
8.2.6 J N oo ol LA - 17 (OSSPSR 75
8.2.7 Elzardszelep és szervizesatlakozo Nasznalata ........ocooiioiiiiiieice e 76
8.2.8 HUit6kozegesovek csatlakoztatdsa a KUItEri @8YSEZNEZ .......cciiiiiiiieccce e 77
8.2.9 A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez ... 78
A hiit6kozegesovek ellenérzése ... 79
8.3.1 A h(it6kozegesovek ellendrzése. 79
8.3.2 A hiitékozegesovek ellenérzésévek kapcsolatos biztonsdgi elGirdasok .........oiveiiiiiiiiiiiccceeee e 79
8.3.3 A SZIVATGAS EIIENGIZESE. ...ttt 80
8.3.4 Vékuumszivattyus szaritds végrehajtasa.. 80
8.3.5 A h(itékozegesovek szigetelése.. 81
HUtékozeg feltoltése 82
8.4.1 HULEKOZEE FRITOIESE ...ttt ettt e et 82
8.4.2 A h(itékozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi €lGIrASOK .......viiicciiiie s 83
8.4.3 Az utdntoltott hit6kozeg-mennyiseg MEGNAtArOZASA ... ..cccoviviirieieieieeiee et 83
8.4.4 A teljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség meghatarozésa... 83
8.4.5 A hitékozeg-utantoltése 83
8.4.6 A fluortartalmdu, veghazhatést okozé gazokra vontakozod cimke felragasztasa.......ocoovveivieieiiieeiiieiciee 84
A VIZESOVEK IEKESZITESE ...ttt 84
8.5.1 A vizkorre vonatkozo KOVETEIMENYEK .......c.oiuiiiiiiii et 84
8.5.2 Képlet a taguldsi tartaly el6nyomasanak kiszamitédsahoz... 87
8.5.3 A vizmennyiség és az aramldsi sebesség ellendrzése 87
8.5.4 A taguldsi tartaly el6nyomasanak MOOSITASE .....oveviieiiieiiieiiieeee e 90
8.5.5 Avizmennyiség ellenGrzése: PEIAAK .........ciiiii s 90
Vizvezet@Kek CSatlakoZtataSaKor .. ...ciiiiiiicicic bt 91
8.6.1 A vizvezetékek csatlakoztatdsanak bemutatasa 91
8.6.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatdsakor 91
8.6.3 A vizvezetékek csatlakoztatasa 91
8.6.4 A KeringetECSOVEK CSATIAKOZIATASA ... .viviieiiieiiieie ettt 93
8.6.5 A VIZKOT FRIEOIESE ..ottt 94
8.6.6 A hasznélatimelegviz-tartaly feltoltése 94
8.6.7 A vizvezeték szigetelése ... 94

8.1 A hi{tékozegcsovek el6készitése

8.1.1 A h(t6kdzegesovekre vonatkozd kdovetelmények

i

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
elSirasok" [» 10] fejezetben.

Tovabbi kovetelményekért lasd még: "7.1.4 Az R32 egységekre vonatkozdé specidlis
kovetelmények" [» 52].
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= A csovek hossza: 1asd: "7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd
kovetelmények" [» 51].

= CsOszerelési anyag: Csak foszforsavval dezoxiddlt varratmentes rézcsé
hasznalhato

= A csovek csatlakozasai: csak hollandi anyas és forrasztott csatlakozdsokat lehet
hasznalni. A beltéri és a kiltéri egység hollandi anyas kotésekkel rendelkezik. A
végeket forrasztds nélkul csatlakoztassa. Ha forrasztdsra van szlkség, vegye
figyelembe a kiltéri egységre vonatkozd szerel8i referencia-Utmutato utasitdsait.
= Hollandianyas kétések: Kizardlag lagyitott anyagot hasznaljon.

= Cs6atmérdk:

Folyadékcsovek @6,4 mm (1/4")
Gazcsovek @15,9 mm (5/8")
= A cs6 keménységi foka és falvastagsdga:
Kiils6 4tméré (@) Keménységi fok Vastagsag (t)®
6,4 mm (1/4") Lagyitott (O) >0,8 mm \Q’®l
15,9 mm (5/8") Lagyitott (O) >1,0 mm

@ A vonatkozd jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl figgéen (lasd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

8.1.2 A h(t6kdzegcsovek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) kozott van

- amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cs6 kiilsé atmérdje (@,) | Szigetelés belsé atmérdje | Szigetelési vastagsag (t)
(?)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm

Ha a hémérséklet 30°C-nadl magasabb, és a relativ paratartalom nagyobb, mint
RH 80%, akkor a szigetel6anyag vastagsaganak legaldbb 20 mm-nek kell lennie,
hogy ne csapddjon pdra a szigetelés fellletére.

8.2 A h(tékozegcsdvek csatlakoztatasa

8.2.1 A hlit6kozegcsovek csatlakoztatasa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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Jellemz6 munkafolyamat
A hit6kozegesovek csatlakoztatdsa az aldbbiakat tartalmazza:
= A hlt6kozegesovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez
= H{t6kozegesovek szigetelése
= Ne feledje az aldbbiakhot adott Utmutatdkat:
- Cs6hajlitas

- Cs6végek peremezése

Keményforrasz

Elzardszelepek hasznalata

8.2.2 A hlt6kozegesovek osszekotésével kapcesolatos biztonsagi elGirasok

° INFORMACIO

l Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 10]

= "8.1 A hit6kozegesovek elGkészitése" [» 71]

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

@ MEGJEGYZES
= NE hasznaljon dsvényi olajat a peremezett részen.

* NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritot az R32
egységhez. A szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiit6kozegesovekkel kapcsolatos kdvetkezd korlatozasokat:

= Kerulje el a kijelolt hiit6kozegtdl eltérd anyagok (példaul levegd) keveredését a
hiitékozegkorbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kdzeg hozzaadasakor.

* Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példdul osztott toltétomls),
amelyek kifejezetten az R32 Gizembe helyezése soran hasznalatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul &asvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

= NE hagyja feltgyelet nélkil a csoveket. Ha a beszerelést NEM 1 napon beldl végzik
el, a csoveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett mdédon, hogy ne
kerllhessen beléjik szennyezddés, nedvesség vagy por.

* Legyen nagyon ovatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon (ldsd az aldbbi
abrat).
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0 go- A

v X v X
Egység Felszerelés id6tartama Védelmi médszer
KUltéri egység >1 honap Szoritsa el a csovet
<1 hénap Szoritsa el vagy ragassza le a
Beltéri egység Az id6tartamtol figgetlendl csovet

MEGJEGYZES
NE nyissa ki a hiit6kozeg elzdrdszelepét a hlit6kozeg csdveinek ellendrzése elétt. Ha

tovabbi hitékozeget kell toltenie, a hiit6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

8.2.3 Utmutato a h(itékozegesdvek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez6 irdnyelveket a csdvek csatlakoztatasakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem bels§ fellletét éter- vagy
észterolajjal. Kézzel huzza meg 3—4 fordulatot, miel6tt szorosan meghuzna.

S ’
| |
— v
SIS | N,
i
i
T
\

= A hollandi anydkat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell meglazitani.

= A csovek csatlakoztatdsakor a hollandi anydk meghuzdsahoz MINDIG haszndljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villdskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargds
megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
¢ CsGcsatlakozo
d Hollandi anya
Cséméret (mm) |Meghuzonyomaték| Perematmérdk (A) | Perem rajza (mm)
(Nem) (mm)
@6,4 15~17 8,79,1
@#15,9 62~75 19,3~19,7

8.2.4 Irdnyelvek a csdvek hajlitasaval kapcsolatban

A hajlitast csShajlitoval kell végezni. A csovekben [évé hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lennitk (a hajlitasi sugarnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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8.2.5 A csévég peremezése

VIGYAZAT
® A nem tokéletes peremezés hlit6kozeg-szivargast okozhat.

*= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anydkat hasznalja. Mas hollandi anydk
hasznalata a hit6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

Vagja le a csGvéget csbvagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a Figyeljen a helyes szogre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csovet. Pontosan a kdvetkezd dbran lathaté modon helyezze

el.
YA
|
|
Peremez6 szerszam Hagyomanyos peremez6 szerszam
R32 hiit6kozeg esetén Befogos tipus Szarnyas anyas tipus
befogos tipus
( & pus) (Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Ellendrizze, hogy a tokozas megfelel6-e.
a — b
Cc

a A perem belsé feliletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasdnak egyenletesnek, tokéletesen kor alakdnak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

8.2.6 A csévég forrasztdsa

A beltéri egység és a kultéri egység hollandianyds csatlakozdsokkal rendelkezik. A
végeket forrasztds nélkul csatlakoztassa. Ha forrasztasra van szlkség, szamoljon a
kovetkezbkkel:

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megeldzi, hogy a csdvek belsd
fellletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a réteg kdrosan befolydsolja a
szelepek és a kompresszorok mikodését, és zavarokat okozhat a h(it6korben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20 kPa-ra (0,2 bar)
(hogy éppen csak érezni lehessen a béron).
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a b c d e
ST
a Htokozegesovek
b Forrasztandd rész
¢ Korultekercselés
d Kéziszelep
e Nyomdscsokkentd szelep
f Nitrogén

= NE hasznaljon oxidacio gatld szert a cs6csatlakozasok forrasztasahoz!
A visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a berendezéseket.

= NE haszndljon forrasztdoszert a réz hitbkozegesovek forrasztdsahoz! A
forrasztashoz haszndljon foszforréz forrasztdotvozetet (BCuP), amihez NEM kell
forrasztdszert hasznalni.

A forrasztészer rendkivil kdrosan befolydsolja a hitékozegesovek allapotat. Ha
példaul klértartalmu forrasztdszert hasznalnak, az korrodalja a csdveket, ha pedig
fluortartalmu a forrasztéviz, az a h(it6kozeget karositja.

= Forrasztds kdzben MINDIG védje a kornyezé felileteket (pl. a szigetel6habot) a
hétél.

8.2.7 Elzérdszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

Az elzardszelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:
= Az elzardszelepek a gyari dllapotukban zarva vannak.

= A kovetkezd dbra a szelep kezeléséhez sziikséges elzardszelep-alkatrészeket
mutatja.

Szervizcsatlakozo és a szervizcsatlakozo fedele
Szelepszar

Kulsé cséesatlakozas

Szelepfedél

o n T O

= Tartsa nyitva mindkét elzardszelepet az Gzemeltetés soran.
= NE alkalmazzon tulzott erét a szelepszaron. Ezzel eltérheti a szelep torzsét.

= MINDIG rogzitse az elzardszelepet egy villdskulccsal, és ezutan lazitsa meg vagy
hldzza meg a hollandi anyat egy nyomatékkulccsal. NE helyezze a villdskulcsot a
szelepfedélre, mert ez a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b Nyomatékkulcs
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= Amikor a mikodtetési nyomas varhatdéan alacsony (amikor példaul h(itést végez,
ha a kilsé levegé h6mérséklete alacsony), megfelelGen zarja le a hollandi anyat a
gdzcsovon léved elzardszelepen sziliciumtomitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

Sziliciumtomités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzardszelep nyitasa/zarasa
1 Vegye le az elzérdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gdz oldal: 4 mm) a
szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az dramutato jarasaval ellentétes irdnyban a nyitashoz
Az éramutato jarasaval megegyez§ iranyban a zarashoz

3 Ha az elzérdszelep tovabb NEM FORGATHATO, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep nyitva/zarva van.

A szelepfedél kezelése

= A szelepfedél a nyil altal jelzett helyen van lezarva. NE rongdlja meg.

\

= Az elzdrdszelep kezelése utdn szorosan zarja vissza az elzardszelep kupakjat és
ellendrizze, hogy a a h(it6kdzeg nem szivarog-e.

Elem Meghuzasi nyomaték (N-m)
Szelepfedél, folyadék oldal 13,5~16,5
Szelepfedél, gaz oldal 22,5~27,5

A szervizfedél kezelése

= A tolt6tomls végén MINDIG legyen nyomobltydk, mert a szervizcsatlakozénak
Schrader tipusu szelepe van.

= Az szervizcsatlakozd kezelése utdn szorosan zarja vissza a szeervizcsatlakozo
kupakjat és ellendrizze, hogy a a hlit6kdzeg nem szivarog-e.

Elem Meghizé nyomaték (N-m)

Szervizcsatlakozo fedele 11,5~13,9

8.2.8 HUt6kozegesovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

= Cs6hossz. A helyszini csdvek hosszat a lehetd legrovidebbre tervezze.
= Csovek védelme. A helyszini csdveket védje a fizikai sériilésektdl.

1 Csatlakoztassa a folyékony hit6kozeg csatlakozasat a beltéri egységhdl a
kiltéri egység folyadékelzard szelepéhez.
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S
e B
O

a Folyadékelzaro szelep
b Gazelzardszelep
¢ Szervizcsatlakozd

2 Csatlakoztassa a gdz hiit6kozeg csatlakozdsat a beltéri egységbdl a kultéri
egység gazelzard szelepéhez.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kdbelcsatorndba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

8.2.9 A hlt6kdzegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

1 Csatlakoztassa a folyadékelzard-szelepet a kiltéri egységhdl a beltéri egység
hitékozegfolyadék-csatlakozdjahoz.

a Hit6kozegfolyadék-csatlakozas
b HUt6kozeggaz-csatlakozas

2 Csatlakoztassa a gdazelzardszelepet a kiltéri egységbdl a beltéri egység
hit6kozeggdz-csatlakozdjahoz.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kultéri egység kozott a hilitékozegesoveket kabelcsatornaba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.
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INFORMACIO

Ha a beltéri egységet olyan helyre kell felszerelni, ahol szlk a hely, felszerelhet& egy
kiegészité cséhajlitaskészlet (EKHVTC), amellyel megkdnnyitheté a csatlakozas a
beltéri egység hlit6kozeggaz- és folyadékcsatlakozdihoz. A szerelési Utmutatasokat
|asd a cs6hajlitaskészlet utmutatojaban.

i @

8.3 A hitékozegcsovek ellenérzése

8.3.1 A h(t6kdzegecsovek ellenbrzése

A kultéri egység belsé hltkozegcsOvein gyari tOmitettségvizsgalatot hajtottak
végre. Csak a kiltéri egység kiilsé hiit6kozegesoveit kell ellendrizni.
A hiit6kozegcsovek ellendrzése elott

Ellendrizze, hogy a hlit6kozegess csatlakozik-e a kiltéri és a beltéri egységhez.

Jellemz6é munkafolyamat

A h(t6kozegess ellenérzése jellemzben a kdvetkez6 szakaszokbol all:

1 Tomitettségvizsgalat a hlit6kozegesdvekben.

2 Vakuumszaritds elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltdvolitdsahoz a hlit6kodzegesovekbdl.

Ha a h(it6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példaul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljarassal el kell tavolitani minden nedvességet.

8.3.2 A h(t6kdzegesovek ellenbrzésévek kapcsolatos biztonsagi el8irdsok

. INFORMACIO

l Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonségi elSirasok” [» 10]

= "8.1 A hlit6kozegesovek el6készitése" [» 71]

MEGJEGYZES

A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyd visszacsapd szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr abszolut) nyomasra tudjon Iégteleniteni. Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az
olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu ledllasa alatt.

MEGJEGYZES
Ezt a vakuumszivattyut kizardlag az R32 h(t6kdzeghez haszndlja. Ha ugyanazt a

szivattyut hasznalja a kilonb6z6 hitékozegekhez, az karosithatja a szivattyut és az
egységet.

MEGJEGYZES

= Csatlakoztassa a vakuumszivattyut a gazelzarészelep szervizcesatlakozéjahoz.

= A szivargasteszt vagy a vakuumszivattyUs szaritas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy
a gazelzardszelep és a folyadék-elzardszelep is megfelel6en zarva van.
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8.3.3 Aszivargas ellenérzése

MEGJEGYZES
NE lépje at az egység maximalis miikodési nyomasat (lasd: “PS High” az egység

adattablajan).

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

® A szappanos viz hatdsara megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
csGvezeték leh(ilésekor megfagy.

* A szappanos vizammaoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a csécsatlakozdsokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar) tulnyomasig.
Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ald helyezni az apro szivargasok kimutatasa
érdekében.

2 Keressen szivargdsokat ugy, hogy minden csatlakozdson buboréktesztes
oldatot hasznal.

3 Fulvassa ki az 0sszes nitrogéngazt.

8.3.4 VakuumszivattyUs szaritas végrehajtdsa

A vakuumszivattyut és a gy(ljt6csovet a kovetkez8képpen csatlakoztassa

egymashoz:
a d h
b—is ¢
c
1
e
|| 34
ot
— & A
g h i
Nyomasméré

Osztott mérd
Kisnyomas-szelep (Lo)
Tdlnyomas-szelep (Hi)
Feltolt6tomlék
Vakuumszivattyu
Szervizcsatlakozd
Szelepfedelek
Gazelzardszelep
Folyadékelzaro-szelep

—_ =T -0 Qn T O

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gy(jt6csén a nyomds -0,1 MPa-t
(-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:

Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a rendszerben. Az
eljaras kész.
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Ha a nyomas... Akkor...

Novekszik Nedvesség van a rendszerben. Lépjen
a kovetkezd lépésre.

Uritse ki a rendszert legalabb 2 6rara -0,1 MPa (-1 bar) vdkuumnyomdsra.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utdn ellendrizze a nyomdst legaldbb 1 ¢rén
keresztil.

5 Ha NEM éri el a célvdkuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a vakuumot 1 6ran
keresztil, tegye a kovetkezbket:
* Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
* Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

MEGJEGYZES
A cs6szerelés és a vakuumszaritds elvégzése utan ne feledje kinyitni az

elzardszelepeket. Ha a rendszert elzart szelepekkel miikodtetik, akkor meghibdsodhat
a kompresszor.

INFORMACIO

Az elzardszelep megnyitdsa utan el6fordulhat, hogy a h(t6kozegcsovekben NEM
emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példaul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart dllapota, de ez NEM gétolja az egység megfelel6 miikddését.

i @

8.3.5 A h(t6kdzegcsovek szigetelése
A tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csoveket szigetelni kell. Az
aladbbiakra kell figyelni:

= Gy6zEdjon meg réla, hogy a folyadék- és gazcsovek szigetelve vannak (minden
egység esetében).

= A folyadékcsovekhez haszndljon 70°C-ig hd&szigetel§ polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en sziikség lehet a hit6kozegesovek
szigetelésének megerd@sitésére.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kultéri egység kozott a hlit6kozegesdveket kabelcsatorndba

szerelni vagy ragasztdszalaggal bevonni.

1 Szigetelje és rogzitse a h(it6kdzegesdveket és a kabeleket a kdvetkez6k szerint:

Gazcs6

a
b Gézcsé szigetelés

¢ Osszekotékabel

d Helyszini huzalozasi iranyelvek (ha megfeleld)
e Folyadékcs6

f Folyadékesé szigetelés

g FedGszalag

2 Szerelje fel a szervizfedelet.
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8.4 H(tbkozeg feltoltése

8.4.1 HUtbkozeg feltoltése

A kiltéri egység gyarilag fel lett toltve h(tbkozeggel, de egyes esetekben az
alabbiak elvégzésére lehet szikség:

Mit Mikor
H{t6kozeg-utantoltés Ha a folyadékcsovek teljes hossza
meghaladja a megadott értéket (lasd
alabb).
Teljes hiit6kozeg-feltoltés Példa:
= Arendszer athelyezésekor.
= Szivargas utan.

Hiit6kozeg-utantoltés

A h(t6kozeg utantoltése el6tt ellendrizze a kultéri egység kiilsé h(it6kozegesovét
(tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).

INFORMACIO

[ J
l Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési kortlményektdl fuggben sziikség lehet az
elektromos huzalok bekotésére a hiit6kozeg betoltése elbtt.

Tipikus munkamenet — A h(t6kozeg-utantoltés jellemzéen a kovetkezd
szakaszokbol all:

1 Annak meghatarozdsa, hogy mennyi utdntoltés szikséges.

2 Szlkség esetén a h(it6kdzeg utantoltése.

3 Az lUveghdazhatast okozé gdzokra vonatkozo cimke kitdltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

Teljes hiit6kozeg-feltoltés

A hiit6kozeg teljes feltoltése eldtt végezze el a kdvetkezbket:

1 Nyerjen vissza minden h(it6kozeget a rendszerbdl.

2 Akultéri egység kiilsé hlit6kozegesovét (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas)
ellendrizte.

3 AKkultéri egység belsé hiit6kozegcsdvén elvégezték a vakuumszaritast.

MEGJEGYZES
A teljes Ujratoltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyls szaritast a kiltéri egység

belsé hiit6kozegesovein is.

Tipikus munkamenet — A teljes h(t6kozeg-feltoltés jellemz&en a kovetkezd
szakaszokbol all:

1 Annak meghatdrozdsa, hogy mennyi hlit6kozeg betdltése sziikséges.
2 H(it6kozeg feltoltése.

3 Az lUveghdzhatast okozé gdzokra vonatkozo cimke kitdltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.
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8.4.2 A hlt6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elGirasok

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi fejezeteben is:

= "2 Altaldnos biztonségi el6irasok" [» 10]

= "8.1 A hit6kozegcsovek elbkészitése" [» 71]

8.4.3 Az utantoltott hltékdzeg-mennyiség meghatarozasa

FIGYELEM
Ha a rendszerben a teljes htit6kozeg-mennyiség legalabb 1,84 kg (azaz ha a

cs6vezeték hossza legalabb 27 m), a beltéri egységnek a minimalis teriletre
vonatkozé kovetelményeknek kell megfelelnie. Tovabbi informacio: "7.1.3 A beltéri
egység felszerelési helyére vonatkozd kovetelmények" [» 51].

Ha az 6sszes folyadékcs6 Akkor...
hossza...
<10m NE adjon hozza tovabbi hiit6kozeget.
>10m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m) — 10 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg) (0,01 kg-os egységekre
kerekitve)
INFORMACIO

i @

A cs6hossz a folyadékcsovek egyirdnyu hossza.

8.4.4 Ateljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség meghatarozdsa

INFORMACIO

o

l Amennyiben teljes feltoltés sziikséges, a hiit6kozeg teljes mennyisége a kovetkezé: a
gyari hlit6kozeg-mennyiség (lasd az egység adattablajat) + a meghatdrozott tovabbi
mennyiség.

8.4.5 A h(t6kdzeg-utantoltése

ﬁ FIGYELEM
* Csak R32 h(it6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbandst és balesetet

okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lveghdzhatasu gdzokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és védEszemiiveget.

MEGJEGYZES
A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb

hltékozeget megadott mennyiségnél.

El6feltétel: A hiit6kozeg betoltése el6tt ellendrizze, hogy a h(it6kozegesd
csatlakozik, és elvégezte az ellenGrizést (tomitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hlit6kozeghengert a szervizcsatlakozéhoz.
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2 Toltse be a tovabbi hiit6kozeg-mennyiséget.
3 Nyissa ki a gazelzardszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy dathelyezése miatt szivattyuzas
szUkséges, tovabbi informaciokért 1asd: "15.2 Leszivattyuzas" [» 251].

8.4.6 Afluortartalmu, Gveghdzhatast okozd gazokra vontakozé cimke felragasztdsa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains i gl gases a

RXXX] O J——b

—————— GWP: XXX

o-[Ju——o
e e —

Y

I !_. W Gv::c:;kg = tCOq-— e

a Ha afluortartalmu, Gveghdzhatast okozo gazokra vonatkozo tobbnyelvii cimkét is
mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel6 nyelvi cimkét,
és ragassza az a folé.

Gyari hlit6kozeg-toltetének mennyisége: lasd a berendezés adattablajat
HUt6kozeg-utantoltési mennyiség

Teljes h(it6kozeg-mennyiség

A teljes hiit6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna
CO,-ban kifejezve.

GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tiveghazhatast okozo gazokra vonatkozé jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiitékozeget tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

oD n T

-

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonndban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A h(t6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és folyadékelzard szelepek
kozelébe.

8.5 A vizcsovek el6készitése

= Szelep a tagulasi tartaly iranyaban. A tdguldsi tartdly irdnyaban lévé szelepnek
(ha fel van szerelve) nyitva KELL lennie.

8.5.1 Avizkorre vonatkozd kovetelmények

INFORMACIO

i

Olvassa el az elSirdsokat és a kévetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [» 10] fejezetben.

MEGJEGYZES
MUianyag csovek esetén gy6z6djon meg rola, hogy ellendlldak-e az oxigéndiffuzioval

szemben a DIN 4726 szabvanynak megfelelGen. Az oxigén a csovekbe jutdsa erds
korréziéhoz vezethet.
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= Csovek csatlakoztatdsa — Jogszabalyok. A csovek csatlakozdsi pontjait a
vonatkozd jogszabalyoknak és a "Felszerelés" cim(U fejezetben szerepld
utasitasoknak megfelel8en, a viz be- és kivezetésének figyelembe vételével kell
kialakitani.

= Csovek csatlakoztatdsa — Erékifejtés. NE hasznadljon tulsdgosan nagy erét a
csovek csatlakoztatdasakor. A deformalt csovek az egység hibas mikodését
okozhatjak.

= Csovek csatlakoztatasa - Szerszamok. A rézanyagu alkatrészekkel vald
munkahoz megfelel6 szerszamokat hasznéljon, mivel a réz lagy anyag.
Amennyiben NEM igy tesz, a csovek megsérilnek.

= Csovek csatlakoztatasa — Levegs, nedvesség, szennyezddés. Ha levegd,
nedvesség vagy szennyezddés jut a korbe, az problémat okozhat. Ennek
megel&zése érdekében:

- CSAK tiszta csoveket hasznaljon.
- Asorja eltdvolitasakor tartsa a cs6 végét lefelé.

- Zarja le a csGvéget a falon vald atbujtataskor, hogy ne keriiljon bele por és/vagy
szemcsék.

- Hasznaljon megfelel§ szalas tomit6anyagot a csatlakozasok lezarasara.

- Ha nem sargaréz fémcsoveket hasznal, akkor a galvanikus korrézio megel6zése
érdekében a két anyagot egymastdl el kell szigetelni.

- Mivel a sdargaréz egy lagy anyag, a vizkor csatlakoztatdsdhoz megfelel$
szerszamokat kell hasznalni. A nem megfelel§ szerszamok hasznalata miatt a
csovek megsérulhetnek.

= Zart kor. A beltéri egységet CSAK zart vizrendszerben haszndlja. A berendezés
nyilt vizrendszerben vald haszndlata tulzott korrozidval jar.

= Glikol. Biztonsagi okokbdl NEM engedélyezett glikolt tenni a vizkorbe.

= A csovek hossza. Ajanlott elkertini a zart végl csoveket, illetve hosszu csdvek
hasznalatdt a hasznalatimelegviz-tartdly és a meleg viz célpontja (zuhany,
flrdGszoba stb.) kozott.

= A csovek atmérGje. A vizcsovek atmérdjét a szikséges vizaramlastol és a
szivattyl rendelkezésre allé kilsd statikus nyomdsatdl fuggéen valassza ki. A
beltéri egység kilsé statikus nyomadsaval kapcsolatos informaciokért lasd:
"16 Mdszaki adatok" [» 253].

= Vizaramlds. A beltéri egység mikodéséhez szikséges minimalis vizaramlas az
alabbi tablazatban lathatd. Ezt az dramlast minden esetben biztositani kell. Ha az
aramlds mértéke alacsony, a beltéri egység ledll, és a 7H aramlasi hibakdd jelenik
meg.

Sziikséges minimalis aramlasi sebesség

12 I/min

= Nem tartozék alkatrészek — Viz. Csak olyan anyagokat szabad hasznalni, amelyek
kompatibilisek a rendszerben hasznalt vizzel és a beltéri egységben hasznalt
anyagokkal.

= Nem tartozék alkatrészek — Viznyomas és -h6mérséklet. Ellendrizze, hogy a
helyszini csovek alkatrészeinek nyomasalldsdaga megfeleljen a viznyomdsnak és a
vizhémérsékletnek.

* Viznyomas — Haszndlati meleg viz. A maximalis viznyomds 4 bar (=0,4 MPa).
Biztositson megfelel§ véd6eszkdzoket a vizkérben, hogy a viznyomas NE
haladhassa meg a maximalis értéket. A mikodéshez megengedett legkisebb
viznyomas 1 bar (=0,1 MPa).
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= Viznyomas — Térfiitési/-h(itési kér. A maximalis viznyomas 3 bar (=0,3 MPa).

Biztositson megfelel6 védbeszkozoket a vizkorben, hogy a viznyomas NE
haladhassa meg a maximalis értéket. A m(kodéshez megengedett legkisebb
viznyomas 1 bar (=0,1 MPa).

= Vizh6meérséklet. Minden beszerelt csévezetéknek és -tartozéknak (szelepek,

csatlakozasok...) ellen KELL allnia a kovetkezé h6mérsékleteknek:

INFORMACIO

[ J
l A kévetkez8 &dbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

SO

3
B[

HPC2  HPC3
|
X

FHL1  FHL2 FHL3

Kiltéri egység
Beltéri egység
Hécserél6

Kiegészité fitGelem

Motoros 3 utas szelep (a térflités és a hasznalati meleg viz kbzotti kapcsold)
f Motoros 3-jaratu szelep (a f6 zona keverése)

g Fd& szivattyu

h Kiegészit6 szivattyu

i

i

oD QO n T O

Elzaroszelep
Kollektor (nem tartozék)
k Hasznalatimelegviz-tartaly
HPC1...3 Hd{szivattyu konvektor (nem tartozék)
FHL1...3 Padléfiités kor (nem tartozék)
Elvezetés — Alacsony pontok. Helyezzen el a rendszer 6sszes alacsony pontjan

leereszt6csapokat, hogy teljesen leereszthetd legyen a vizkor.

Elvezetés - Nyomdscsékkenté szelep. Csatlakoztassa megfelelen a
leereszt6toml6t a leereszt6hoz, hogy megelbzze a viz csopogését az egységhdl.
Lasd: "7.4.4 A leereszt6tomlG csatlakoztatasa a leereszt6hoz" [» 69].

Légtelenité szelepek. A rendszer minden magas pontjara szereljen légtelenitd
szelepet, amelyeknek szervizelés céljabdl szintén konnyen hozzaférhetének kell
lennitik. A beltéri egységben két automatikus légtelenitd taldlhatd. Gy6z6djon
meg rola, hogy a légtelenit§ szelepek NINCSENEK tul szorosra huzva, hogy a
vizkdrben taldlhato leveg6 automatikus kiengedése lehetséges legyen.

Horganyzott alkatrészek. A vizkdrben SOHA ne haszndljon horganyzott
alkatrészeket. Mivel az egység belsd vizkorét rézcsovek alkotjak, tulzott korrdzid
[éphet fel.
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= Nem rézbevonatui fémcsovek. Nem rézbevonatl fémcsovek hasznalatakor
szigetelje megfelel6en a réz és a nem réz részeket, hogy azok NE érintkezzenek
egymassal. Erre a galvanikus korrdzié megel§zése miatt van szikség.

= Szelep — Atvaltasi id6. Ha 2 vagy 3 utas szelep van a vizkorben, a szelep
legnagyobb atvaltasi idejének 60 masodpercnek kell lennie.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Kapacitds. A viz dllasanak elkerilése érdekében
fontos, hogy a haszndlatimelegviz-tartaly tdroldsi kapacitdsa megfeleljen a
hasznalati meleg viz napi fogyasztdsanak.

= Hasznalatimelegviz-tartaly — A felszerelés utan. A felszerelés utan rogton ki kell
Obliteni friss vizzel a haszndlatimelegviz-tartalyt. Ezt az eljarast legaldbb naponta
egyszer meg kell ismételni a felszerelést kovetd 5 egymads utani napon.

= Hasznalatimelegviz-tartaly — Hasznalaton kivili id6szakok. Amikor hosszabb
ideig nem hasznalnak meleg vizet, a berendezést friss vizzel KELL kidbliteni a
hasznalat el&tt.

= Hasznalatimelegviz-tartaly — FertGtlenités. A haszndlatimelegviz-tartaly
fert6tlenitési funkcidjaval kapcsolatban 1asd: "10.6.6 Tartaly" [» 177].

= Termosztatos keverdszelepek. A vonatkozd jogszabdlyok  értelmében
el6fordulhat, hogy termosztatos keverdszelepeket kell felszerelni.

= Higiéniai intézkedések. Az elhelyezésnek meg kell felelnie a vonatkozd
jogszabalyoknak, és el6fordulhat, hogy tovabbi higiéniai intézkedések lehetnek
szlkségesek.

= Keringet6 szivattyu. Ha a vonatkozd jogszabalyok megkovetelik, csatlakoztasson
keringetd szivattyut a meleg viz célpontja és a haszndlatimelegviz-tartaly
keringetd szivattydjanak csatlakozdsa kozé.

Keringetés csatlakozasa
Meleg viz csatlakozésa
Zuhany

Keringetd szivattyu

a
b
c
d

= Szelep a tagulasi tartaly iranyaban. A tdguldsi tartdly irdnyaban lévd szelepnek
(ha fel van szerelve) nyitva KELL lennie.

8.5.2 Képlet a taguldsi tartdly elényomasanak kiszamitasahoz

A tartdly bedllitandd elényomadsa (Pg) a szerelési szintkllonbségtdl (H) figg:
Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.5.3 Avizmennyiség és az dramldsi sebesség ellenérzése

A beltéri egység egy 10 literes tagulasi tartdllyal rendelkezik, amelynek gyari
elényomdsa 1 bar.

Az egység megfelel6 mikodésének biztositdsa érdekében:

= Ellendriznie KELL a minimalis és maximalis vizmennyiséget.

= Lehetséges, hogy be kell allitania a tagulasi tartaly el6nyomasat.
Minimalis vizmennyiség

A minimalis vizmennyiségre vonatkozdan nincsenek kovetelmények.
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i @

INFORMACIO

Létfontossagu folyamatokndl vagy nagy héterhelésli helyiségek esetén nagyobb
vizmennyiségre lehet szlkség.

MEGJEGYZES

Ha a térf(ités/h(ités korokben a keringetést tavvezérelt szelepek vezérlik, akkor
fontos, hogy a minimdlis vizmennyiség még az 0sszes szelep elzarasa esetén is
garantalt legyen.

SALES:

=
=

bc d e

-
card

S
gﬂ 1
®
N
@
ki

LS
R TR s
fg hh i
FHL1 |Fﬂ|ﬁ||.jz| |_,|ﬁ|ﬂ|
FHL3
a Kultéri egység
b Beltéri egység
¢ Hdbcseréld
d Kiegészité fitGelem
e Motoros 3-jaratu szelep (a f6 zona keverése)
f Kiegészitd szivattyu
g F& szivattyu
h Elzérdszelep
i Kollektor (nem tartozék)
j Tulnyomasi megkerilGszelep (mellékelt tartozék)
FHL1...3 Padlofdtés kor (nem tartozék)
HPC1...3 H{szivattyu konvektor (nem tartozék)
T1...3 Egyediszobatermosztat (opcionalis)
M1...3 Egyedi motoros szelep FHL1...3 és HPC1...3 kor szabalyozédsara (nem tartozék)
INFORMACIO

i @

A kiegészit6é zona szivattyUja biztositja, hogy az egység megfelel6 mikodéséhez
szlikséges minimalis dramlasi sebesség garantalhato legyen.

Maximalis vizmennyiség

A kovetkez§ dbra segitségével hatdrozza meg a maximalis vizmennyiséget a
kiszamitott elényomdsra vonatkozdan.

a

2.4

1.5

0.5

0.3

20

50 100 150 200 250 290 b

a El6nyomas (bar)
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b Maximalis vizmennyiség (I)

Példa: Maximalis vizmennyiség és a tagulasi tartaly el6nyomdsa

Szerelési
szintkiilonbség®

Vizmennyiség

<200 |

>200 |

<7m

Nem kell mddositani az
elényomast.

Tegye a kovetkez6t:

= CsOkkentse az el6nyomast az
el6irt szerelési
szintkllonbségnek
megfelel6en. Az el6nyomast
7 m alatt méterenként 0,1
barral kell csokkenteni.

= Ellendrizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett
maximalis vizmennyiséget.

>7m

Tegye a kovetkez6t:

= Novelje az el6nyomast az
eldirt szerelési
szintkilonbségnek
megfelel8en. Az elényomast
7 m folott méterenként 0,1
barral kell novelni.

Ellendrizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett
maximalis vizmennyiséget.

A beltéri egység tagulasi
tartalya tul kicsi a rendszerhez.
Ebben az esetben javasolt egy
tovabbi tartdlyt felszerelni az
egységen kivil.

@ A vizkor legmagasabb pontja és a beltéri egység kozotti szintkiilonbség (m). Ha a beltéri
egység a rendszer legmagasabb pontja, akkor a szerelési magassag 0 m.

Minimadlis draml3si sebesség

Ellenérizze, hogy minden kortlmények kdzott garantdlt-e mindegyik zéndban a
minimalis aramlasi sebesség. A minimalis aramlasi sebesség a jégmentesitési/
kiegészit6 fltbelem Gzemmod soran szikséges. Erre a célra haszndlja az egységhez
mellékelt tulnyomasi megkeril6szelepet.

Sziikséges minimalis aramlasi sebesség

12 I/min

®

MEGJEGYZES

Ha minden térflités korben, vagy bizonyos térflités korokben tavvezérelt szelepek
vezérlik a keringtetést, akkor fontos, hogy a minimalis dramldsi sebesség még az
0sszes szelep elzardsa esetén is garantdlt legyen. Amennyiben a minimalis aramlasi
sebesség nem érhetd el, a 7H aramlasi hibakdd jelentkezik (nincs flités és az egység
nem lGzemel).

Lasd az ajanlott eljardst a kovetkezd részben: "11.4 Ellenérzélista belizemelés

kozben" [» 220].
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8.5.4 Atagulasi tartaly el6ényomasanak maddositasa

MEGJEGYZES
CSAK szakképzett szerel6 modosithatja a tagulasi tartaly el6nyomasat.

A tagulasi tartdly gyari el6ényomdsa 1 bar. Amikor médositani kell az elényomast, a
kovetkez irdanyelveket tartsa szem el6tt:

= Atdgulasi tartaly el6ényomadsdnak bedllitdsahoz csak szdraz nitrogént hasznaljon.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasanak helytelen beadllitdsa a rendszer hibas
mUikodéséhez vezet.

A tdguldsi tartdly elényomdsdnak modositdsa a nitrogénnyomds novelése vagy
kiengedése Utjan torténik, a tdguldsi tartdly Schrader-szelepén keresztiil.

a Schrader-szelep

8.5.5 Avizmennyiség ellendrzése: Példak

1. példa

A beltéri egység 5 m-rel a vizkor legmagasabb pontja ala van felszerelve. A
vizkérben a teljes vizmennyiség 100 |.

Semmilyen teendé vagy modositdas nem szlikséges.
2. példa

A beltéri egység a vizkor legmagasabb pontjara van felszerelve. A vizkdrben a teljes
vizmennyiség 250 I.

Teenddk:

= Mivel a teljes vizmennyiség (250 1) tobb, mint az alapértelmezett vizmennyiség
(2001), csokkenteni kell az elényomast.

= A szlkséges el6nyomas:
Pg =(0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= 0,3 bar nyomas esetén a megfelel6 maximalis vizmennyiség 290 |. (Lasd a
"Maximalis vizmennyiség" [» 88] hivatkozdsban szerepld diagramot).

= Mivel 250 | kevesebb, mint 290 |, a taguldsi tartdly mérete megfelel§ a
rendszerhez.
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8.6 Vizvezetékek csatlakoztatdsakor

8.6.1 Avizvezetékek csatlakoztatdsanak bemutatdsa

A vizvezetékek csatlakoztatasa el6tt

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kiltéri és beltéri egységek fel vannak szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A vizvezetékek csatlakoztatdsa jellemz&en a kdvetkez§ 1épésekbdl all:
1 Avizvezetékek csatlakoztatasa a beltéri egységhez.

A keringet&csovek csatlakoztatasa.

A leereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leeresztéhoz.

A vizkor feltoltése.

A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése.

a b W N

A vizvezetékek szigetelése.
8.6.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor

8.6.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa

MEGJEGYZES
NE hasznaljon tulsdgosan nagy erét a csovek csatlakoztatasakor. A deformalt csovek

az egység hibds miikodését okozhatjak.

A szervizelés és karbantartds megkonnyitése érdekében 4 elzadrdszelep és 1
tulnyomasi megkerilSszelep all rendelkezésre. Szerelje fel az elzardszelepeket a
térfltés vizbemeneteire és vizkimeneteire. A minimalis aramlasi sebesség
biztositdsa (és a tulnyomds megel6zése) érdekében szerelje fel a talnyomasi
megkeriilészelepet a térflités kiegészité zonahoz tartozé vizkimenetére.

MEGJEGYZES
Az egységet 2 hémeérsékleti zonaban valé hasznalatra tervezték:

* padl6fiités a f6 zondban; ez a legalacsonyabb vizh6mérséklettel rendelkezd
z0na,

® radiatorok a kiegészit6 zondban; ez a legmagasabb vizhémérséklettel
rendelkezd zona.

Szerelje fel az elzdrdszelepeket a térflités vizcsoveire.
2 Csavarozza a beltéri egység anyait az elzardszelepre.

3 Csatlakoztassa a haszndlati meleg viz bemeneti és kimeneti csoveit a beltéri
egységhez.
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Térfltés/-h(ités kiegészité/kozvetlen zéndja — viz KIMENETE (csavarkotés, 1")
Térf(ités/-h(ités kiegészit6/kozvetlen zénaja — viz BEMENETE (csavarkotés, 1")
HMV — Melegviz KIMENETE (csavarkotés, 3/4")

HMV — Hidegviz BEMENETE (csavarkotés, 3/4")

Térf(ités/-h(ités f6/vegyes zénaja — viz KIMENETE (csavarkotés, 1")
Térfltés/-h(ités f6/vegyes zéndja — viz BEMENETE (csavarkotés, 1")

a
b
c
d
e
f

MEGJEGYZES
Ajanlott elzardszelepeket felszerelni a hasznalati hideg viz bemeneti és hasznalati

meleg viz kimeneti csatlakozasaira. Ezek az elzardszelepek nem tartozékok.

MEGJEGYZES
Hosszabb tavollétek alatt ajanlott a hasznalati hideg viz bemenet elzardszelepének

elzarasa, hogy ne karosodjon a kornyezet vizszivargas esetén.

MEGJEGYZES

Tulnyomasi megkeriilészelep (mellékelt tartozék). Javasoljuk, hogy a tulnyomasi
megkerilGszelepet a térflitési vizkorbe szerelje.

= A tulnyomasi megkeril&szelep beszerelési helyének megvalasztasakor vegye
figyelembe a minimalis vizmennyiséget (a beltéri egységnél vagy a kollektornal).
Lasd: "8.5.3 A vizmennyiség és az aramlasi sebesség ellenérzése" [» 87].

= A tulnyomasi megkerllGszelep bedllitasa soran figyeljen a minimalis aramlasi
sebességre. Lasd: "8.5.3 A vizmennyiség és az aramlasi sebesség
ellenérzése" [» 87] és "11.4.1 Minimalis aramlasi sebesség" [» 220].

MEGJEGYZES
Ha az egységet egyzdnas alkalmazasként szereli be:

Osszeallitas. Szereljen egy megker(il6 szelepet a térfiités vizbemenete és a kiegészits
z6na (=kozvetlen zéna) kimenete kozé. NE szakitsa meg a vizaramot az elzardészelep
zarasaval.

a MegkerUlés

Konfiguralas. Allitsa a [7-02] helyszini beallitdst O értékre (Zénak szama =
Egyetlen zéna).
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MEGJEGYZES

Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenitd szelepet.

MEGJEGYZES

A vonatkozd torvényeknek megfelelGen egy legfeljebb 10 bar (=1 MPa) nyitasi
nyomasu (kulon kaphatd) nyoméscsokkentd szelepet kell csatlakoztatni a hasznalati
hideg viz bemenetének csatlakozdjahoz.

CUS

MEGJEGYZES
* A haszndlatimelegviz-tartdly hidegvizbemenetének csatlakozasara leereszt6 és

nyomascsokkentd eszkozt kell szerelni.

= A visszafelé irdnyuld leszivas elkerlléséhez ajanlott nem visszaeresztd szelepet
szerelni a haszndlatimelegviz-tartaly vizbemenetére a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelGen.

= Ajanlott nyomascsokkentd szelepet szerelni a hidegvizbemenetre a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en.

= Szereljen taguldsi tartdlyt a hideg viz bemenetére a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelGen.

= Ajanlott a hasznalatimelegviz-tartdly tetejénél magasabbra helyezni a
nyomascsokkent6 szelepet. A haszndlatimelegviz-tartdly flitése noéveli a viz
térfogatdt, és nyomascsokkentd szelep nélkal a tartalyban lévé viznyomas
nagyobbra néhet, mint amilyenre a tartalyt tervezték. A tartdlyhoz csatlakozd
helyszini felszerelés (csovek, leagazdpontok stb.) szintén ki vannak téve a magas
nyomasnak. Ennek megel6zése érdekében nyomdscsokkentd szelepet kell
felszerelni. A tulnyomasvédelem a helyszinen felszerelt nyomdscsokkentd szelep
megfelel6 mukodésétsl fugg. Amennyiben NEM mikodik megfelelen, a
tulnyomas deformalja a tartalyt, ami vizszivargast eredményezhet. A megfeleld
mikodés biztositasa érdekében rendszeres karbantartasra van szikség.

8.6.4 A keringet8csovek csatlakoztatasa

El6feltétel: Csak akkor van erre szlikség, ha keringetésre van sziksége a

re
1

ndszerben.

Tavolitsa el a fels6 panelt az egységrél. Lasd: "7.2.4 A beltéri egység
felnyitasa" [» 58].

Vagja ki a peremszoritd gumikengyelt az egység tetején, és tavolitsa el az
elzardszelepet. A keringetés csatlakozdja a furat alatt taldlhato.

Vezesse dat a keringet6csoveket a gumikengyelen, és csatlakoztassa a
keringetés csatlakozdéjahoz.

Szerelje vissza a felsd panelt.
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8.6.5 Avizkor feltoltése

A vizkor feltdltéséhez hasznaljon egy nem tartozék toltékészletet. Ugyeljen ra, hogy
megfeleljen a vonatkozd jogszabalyoknak.

INFORMACIO

Ugyeljen arra, hogy mindkét légtelenits szelep (egyik a magneses sz(ir6n, masik a
kiegészit6 flitGelemen) nyitva legyen.

i

8.6.6 A hasznalatimelegviz-tartaly feltdltése
1 Nyissa ki valtakozva az egyes melegviz-csapokat, hogy kiengedje a levegét a
cs@rendszerbdl.
Nyissa ki a hidegviz-ellatészelepet.
Miutdn kiengedte a levegét, zarja el az 6sszes vizcsapot.

Keressen vizszivargasokat.

v A W N

Manudlisan mUkodtesse a helyszinen felszerelt nyomdscsokkentd szelepet,
hogy a viz szabadon kifolyhasson az elvezet6 csévon.

8.6.7 Avizvezeték szigetelése

A csoveket a teljes vizkorben szigetelni KELL a jégmentesités kdzben fellépd
paralecsapddds, valamint a fltési teljesitmény csokkenésének megel&zése
érdekében.

Ha a hémérséklet 30°C-nadl magasabb, és a relativ paratartalom nagyobb, mint
RH 80%, akkor a szigetelGanyag vastagsaganak legaldbb 20 mm-nek kell lennie,
hogy ne csapddjon para a szigetelés fellletére.
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9 Elektromos bekotések

i

INFORMACIO

Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

FIGYELEM

Bizonyosodjon meg rdéla, hogy az elektromos huzalozas NEM érintkezik a
hltékozeggazcsével, amely rendkivil felforréosodhat.

a HUit6kozeggazcs6

Ebben a fejezetben

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatasa 95
9.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi elSirasok 96
9.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozo iranyelvek 96
9.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei .. 97
9.14 Informaciok az elektromos megfelelésrél 98
9.1.5 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aram 98
9.1.6 Az elektromos csatlakozasok attekintése a kiilsé mikodtets egységek kivételével. 99
Csatlakozdsok a kultéri egységhez 99
9.2.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kltéri egységhez 99
A beltéri egység csatlakozasai

9.3.1 A tAPellAtas CSAtIAKOZEATASA ... ...t
9.3.2 A kiegészité flitéelem tapfesziltségének csatlakoztatasa ....

9.3.3 Az elzarészelep csatlakoztatasa

934 Az aramfogyasztas-mérdk csatlakoztatdsa

9.3.5 A hasznélatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa ....

9.3.6 A riasztas Kimenetének CSAtIaKOZEAtASE .. . ..viiiiieieiciii e
9.3.7 A térh(ités/-flités BE/KI kimenetének csatlakoztatésa..

9.3.8 A kilsé héforrasra valo atallds csatlakoztatasa

9.3.9 Aramfogyasztd digitalis bemenetek csatlakoztatasa

9.3.10 A biztonségi termosztat csatlakoztatasa (normal zért kapcsolattal)....

9.3.11  Csatlakozads OKOSNAIOZATNOZ. .......viiiicieiiicii et
9.3.12 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék) ..

A felszerelGlemez felszerelése

Az elektromos huzalozas beltéri egységhez vald csatlakoztatdsa utan

9.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt

Ellenérizze, hogy:

= A h(it6kozegesovek csatlakoztatasa és ellendrzése megtortént

= Avizcsovek csatlakoztatdsa megtortént

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:

= "9.2 Csatlakozdsok a kiltéri egységhez" [» 99]

= "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [ 101]
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9.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi elGirdasok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

a vonatkozd jogszabalyoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kdbelt hasznéljon tapkabelként.

FIGYELEM
= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

° INFORMACIO

l Olvassa el az elSirasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irasok" [» 10] fejezetben.

FIGYELEM

® Ha a tapfesziltség N fazisa hidnyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

>

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kiilonésen a magas nyomasu oldalon.

= NE haszndljon mulanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket, sodort
vezetékeket, hosszabbitokabelt ~ vagy csillag  rendszerbdl  szarmazoé
csatlakozdsokat. Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tlizet okozhatnak.

® Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziltség(i kabelek kozott legaldbb 50 mm tévolsagnak kell
maradnia.

VIGYAZAT
NE helyezzen feleslegesen hosszU vezetékeket az egységbe.

9.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo iranyelvek

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Ha sodort vezetéket hasznal, szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték
végére. Helyezze fel a kerek csatlakozdsarukat a vezeték fedett részére, és
erdsitse fel a csatlakozét a megfelel§ eszkozzel.

b a

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozd

= A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkezé modszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés mddja
Egyeres vezeték cb
THe an
O ok
g—a a

a Egyeres hulldmos vezeték
b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek cb a bc
csatlakozodsaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Meghuzonyomatékok

Kultéri egység:

Elem Meghuzényomaték (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (foldelés)
Beltéri egység:
Elem Meghuzényomaték (Nem)
X1M 2,45 £10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 +10%
X6M 2,45 £10%
X10M 0,88 +10%
M4 (foldelés) 1,47 £10%

9.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész ERGAO4EAV3Y ERGAOSEAV3HY ERGA04~08EAV3AY
ERGAOGEAV3HY
Tapellétas kabele MCA® 19,9 A 24,0A 159 A

Fesziltség 230V

Fazis 1~

Frekvencia 50 Hz

Vezetékméretek Meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyoknak
ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Alkatrész ERGAO4EA V3V ERGAOSEAV3HY ERGAO4~08EAV3AY
ERGAOGEAV3HY

Osszekotskabel Minimélis kdbelkeresztmetszet 1,5 mm?, és 230 V-hoz érvényes

Ajanlott kilsg biztositék 20A 25A ‘ 16 A

Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakito Meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyoknak

@ MCA=Minimalis dramkori dramerdsség. A megadott értékek a maximalis értékek (pontos
értékekért lasd a beltéri egységgel torténé kombinalds elektromos adatait).

9.1.4 Informaciok az elektromos megfelelésrdl

Csak az ERGAO4EA V3V, ERGAOGEAV3HY és ERGAOSE AV3HY modelleknél
(ERGA04~08E A V3AY modelleknél nem)

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 elGirdsainak (eurdépai/nemzetkozi
mdszaki szabvany, amely meghatdrozza a hdztartdsi kisfesziltségl rendszerekre
kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatasanak hatarértékeit).

Csak a beltéri egység kiegészito flit6eleme esetén

Lasd: "9.3.2 A kiegészitd fitéelem tapfesziltségének csatlakoztatasa" [» 106].

9.1.5 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aram

Az elektromos szolgaltatok a vildg minden tajan igyekeznek megbizhaté elektromos
szolgaltatast nyujtani versenyképes aron, ezért gyakran 6sztonzik a fogyasztokat
kedvezményes dijszabdssal. Ezek lehetnek kedvezményes napi iddszakok vagy
szezonalis id6szakok, illetve olyan egyéb kilonleges kedvezmények, mint a
Warmepumpentarif Németorszagban és Ausztridban.

Ez a berendezés kedvezményes kWh dijszabasu elektromos dramkorre is
csatlakoztathato.

Erdeklédjon a berendezés (zembe helyezésének helyén illetékes elektromos
szolgaltatonal, hogy csatlakoztathaté-e a berendezés kedvezményes kWh
dijszabdsu elektromos aramkorre, ha van ilyen.

Ha a berendezés ilyen kedvezményes kWh dijszabasu elektromos daramkorre
csatlakozik, az elektromos szolgaltaténak jogaban all:

= bizonyos id6szakokra megszakitani a berendezés aramellatasat;

= megszabni, hogy a berendezés teljesitményfelvétele bizonyos idészakokban CSAK
korlatozott lehet.

A beltéri egység ugy lett kialakitva, hogy egy bemend jel hatasara
kényszerkikapcsolas Gzemmaoddra valtson. Abban a pillanatban a kiltéri egység
kompresszora LEALL.

Attol figgben, hogy a tapfesziltség folyamatos-e vagy SEM, az egység huzalozasa
kilonbozé.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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9.1.6 Az elektromos csatlakozdsok attekintése a kilsé mikodtetd egységek kivételével

Normal tapellatas

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram

A tapellatas NEM szakad
meg

A tapellatas megszakad

A kedvezményes kWh
dijszabasu tapellatas
soran a tapellatas NEM
szakad meg. A kiltéri
egységet a vezérlés
kikapcsolja.

Megjegyzés: Az
elektromos szolgaltaténak
minden esetben jéva kell
hagynia a beltéri egység
energiafogyasztasat.

A kedvezményes kWh
dijszabasu tapellatas
soran az elektromos
szolgdltatd azonnal vagy
bizonyos id6 utdn
megszakitja a tapellatast.
Ebben az esetben a
beltéri egységet kalonallg,
normal tapellatasrol kell
mukodtetni.

a Normal tapellatas

b Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos dram

1 Aklltéri egység tapellatasa

2 A beltéri egység tap- és 0sszekdtdkabele

3 Tapellatds a kiegészit6 flitéelemhez

4 Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas (fesziltségmentes
csatlakozas)

5 Normal kWh dijszabdsu tépellatas (a beltéri egység PCB-jének
tapellatasara a kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas
megszakaddsa esetén)

9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez

Elem

Leiras

Tapellatas kabele

Osszekotdkabel

Lasd: "9.2.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatasa
a kultéri egységhez" [» 99].

9.2.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez

1 Tavolitsa el a kapcsolddoboz fedelét.

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E
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3 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
/a /b
v X

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tulsagosan lecsupaszitja, az dramutést vagy zarlatot okozhat
4 A kovetkezbk szerint csatlakoztassa az OsszekotSkabelt és a tapfesziltséget.
Biztositsa a feszességcsokkentést egy vezetékfogd hasznalataval.

1N~ 50 Hz
220-240 V

LN ©®
I77I77d

Osszekotékabel

Tapellatas kabele

Biztositék

Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakito

o n T O

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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123
a Vezetékfogd
5 Helyezze vissza el a kapcsolddoboz boritéjat.

6 Helyezze vissza a h(it6kozegesé boritdsat. Gy6z8djon meg rola, hogy a kabelek
elvezetése a boritds alatt megfelel az dbran lathatdaknak:

/
4

i
o/ 11717

7 Csatlakoztasson egy foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitot és biztositékot a
tapellatas vezetékére.

9.3 A beltéri egység csatlakozasai

Elem Leiras

Tapellatas (f6) Ldsd: "9.3.1 A tapellatas csatlakoztatdsa" [» 104].

Tapellatas (kiegészitd Lasd: "9.3.2 A kiegészit6 fitéelem tapfesziltségének

fitGelem) csatlakoztatasa" [» 106].

Elzardszelep Lasd: "9.3.3 Az elzdrdszelep csatlakoztatasa" [» 109].

Aramfogyasztas-mérék Ldsd: "9.3.4 Az dramfogyasztds-mérdék
csatlakoztatasa" [» 110].

Hasznalatimelegviz- Lasd: "9.3.5 A hasznalatimelegviz-szivattyu

szivattyu csatlakoztatasa" [» 111].

Riasztas kimenete Lasd: "9.3.6 A riasztas kimenetének

csatlakoztatasa" [» 112].

Térh(tés/f(ités vezérlbje Lasd: "9.3.7 A térh(ités/-ftés BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa" [» 113].

Atallas kilsé héforras- Lasd: "9.3.8 A klils6 héforrasra vald atallas

vezérlésre csatlakoztatasa" [» 114].
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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Elem

Leiras

Aramfogyaszté digitélis
bemenetek

Lasd: "9.3.9 Aramfogyaszté digitalis bemenetek
csatlakoztatasa" [» 115].

Biztonsagi termosztat

Lasd: "9.3.10 A biztonsagi termosztat csatlakoztatasa
(normal zart kapcsolattal)" [» 116].

Okoshaldzat

Lasd: "9.3.11 Csatlakozas okoshaldzathoz" [» 118].

WLAN-kazetta

Lasd: "9.3.12 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa
(mellékelt tartozék)" [» 122].

Szobatermosztat
(vezetékes vagy vezeték
nélkali)

0

Lasd a lenti tablazatot.

Vezetékek: 0,75 mm?

Maximalis Gzemi aram: 100 mA

=

A f6 z6na esetén:

= [2.9] Vezérlés

= [2.A] KUils6 termosztat tipusa
A kiegészit6 zona esetén:

= [3.A] Kils6 termosztat tipusa

= [3.9] (csak olvashato) Vezérlés

Hdszivattyu-konvektor

Kllonboz6 szabalyozdk és bedllitdsok érhetdk
el a hészivattyu-konvektorokhoz.

A bedllitastol fuggden relé beszerelésére is
szUkség van (nem tartozék, lasd az opcionalis
berendezések kiegészit6 kézikonyvét).

Tovabbi informacio:

= A hdszivattyu-konvektorok szerelési
kézikdnyve

= A hészivattyu-konvektorok valtozatainak
szerelési kézikonyve

= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez

Vezetékek: 0,75 mm?

Maximalis Gzemi dram: 100 mA

A f6 zona esetén:

= [2.9] Vezérlés

= [2.A] Kils6 termosztat tipusa
A kiegészit6 zona esetén:

= [3.A] Kils6 termosztat tipusa
= [3.9] (csak olvashatd) Vezérlés

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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felulet

Elem Leiras
Tavoli kiiltéri érzékel6 m Lasd:
= A tavoli kiltéri érzékel6 szerelési kézikonyve
= Kiegészits kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x0,75 mm?
E [9.B.1]=1 (Kiils6 érzékeld=Kiiltéri)
[9.B.2] Klils6 érzékel6 eltolasa
[9.B.3] Atlagolasi id6
Tavoli beltéri érzékeld m Lasd:
= Atdvoli beltéri érzékel§ szerelési kézikonyve
= Kiegészits kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x0,75 mm?
E [9.B.1]=2 (Kiils6é érzékelé=Szoba)
[1.7] Szobai érzékeld eltolasa
Kényelmi felhasznaldi m Lasd:

= A kényelmi felhaszndldi felllet szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyve

= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez

Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximalis hossz: 500 m

K]

[2.9] Vezérlés

[1.6] Szobai érzékeld eltolasa

WLAN-modul m

Lasd:
= A WLAN-modul szerelési kézikonyve

= Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez

Hasznalja a WLAN-modulhoz mellékelt kabelt.

k=

[D] Vezeték nélkili atjaré

m szobatermosztathoz (vezetékes vagy vezeték nélkili):

Abban az esetben, ha... Lasd...
Vezeték nélkili = A vezeték nélkuli szobatermosztat szerelési
szobatermosztat kézikbnyve
= Kiegészits kézikbnyv az opcionalis
berendezésekhez

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E
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Abban az esetben, ha...

Lasd...

Tobbzonas alapegységgel nem
rendelkezd vezetékes
szobatermosztat

A vezetékes szobatermosztat szerelési
kézikonyve

Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis
berendezésekhez

Tobbzdénas alapegységgel
rendelkezd vezetékes
szobatermosztat

Vezetékes szobatermosztat (digitalis vagy
analég)+tobbzonas alapegység  szerelési
kézikonyve

Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis
berendezésekhez

Ebben az esetben:

- A vezetékes (digitdlis vagy analdg)
szobatermosztdtot csatlakoztatnia kell a
tobbzdnds alapegységhez

- A tobbzdénas alapegységet csatlakoztatnia
kell a kultéri egységhez

- A h(tés/flités  muikodtetéséhez  relé
beszerelésére is szlikség van (nem tartozék,
lasd az opciondlis berendezések kiegészité
kézikbnyvét).

9.3.1 A tapellatds csatlakoztatdsa

1 Nyissa fel a kbvetkez6t (1asd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 |Felsd panel

1
3

2 | Felhasznaldi feliilet panelje '2

3 |Felsé6 kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa a tapellatast.

Normal kWh-dijszabdasu elektromos aram esetében

OsszekotSkabel (= f8 | Vezetékek: (3+GND)x1,5 mm?

tapellatas)

E_

SzerelGi referencia-Utmutato
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a Osszekotékabel (=tapellatas)

Kedvezményes kWh-dijszabdsi elektromos aram esetében

Osszekdtbkabel (= f6 | Vezetékek: (3+GND)x1,5 mm?

tapelldtds)

Normal kWh- Vezetékek: IN

(Eiuszabasu elektromos | \1avimalis tizemi aram: 6,3 A
aram

Kedvezményes kWh- | Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)
dijszabasu elektromos
aramkor csatlakozdja

Maximalis hossz: 50 m.

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos
aramkor csatlakozéja: 16 V DC jelzés (a
fesziltséget a PCB biztositja). A feszlltségmentes
csatlakozonak minimum 15V DC, 10 mA
aramerd@sséget kell vezetnie.

E [9.8] Kedvezményes elektromos aram

Csatlakoztassa az X11Y pontot az X11YB ponthoz.

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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1N~, 50 Hz,
230 VAC,6.3A

0
!

T

————————— — ]

X1ﬁ_ﬂ

O oooc

ooooooas

a Osszekotékabel (=tapellatas)
b Normal kWh-dijszabasu elektromos aram
¢ Kedvezményes tapellatas csatlakozoja

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

i

INFORMACIO

Kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aram esetében csatlakoztassa az X11Y

pontot az X11YB ponthoz. A kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas tipusatdél figg,
hogy sziikség van-e kilon normal kWh dijszabasu elektromos aramra az X2M/5+6

beltéri egységhez (b).

Szlikség van kilon csatlakozasra a beltéri egységhez:

* ha a kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas aktivalaskor megszakad, VAGY

* ha nem engedélyezett a beltéri egység aramfogyasztdsa a kedvezményes kWh
dijszabdsu tdpellatasnal, amikor az aktiv.

9.3.2 Akiegészit6 f(it6elem tapfesziltségének csatlakoztatasa

Kiegészit6 flitéelem Tapellatas Vezetékek
tipusa
*6V 1IN~ 230V (6V3) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*OW 3N~ 400V 4+GND
SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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[9.3] Kiegészitd fltbelem

K]

FIGYELEM

A kiegészit6 flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tdpellatdssal, és a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

ﬁ VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapelldtasat és a foldkabelt.

A kiegészité flit6elem kapacitasa a beltéri egység modelljétdél fliggben valtozhat. Az
aldbbi tablazatban leirtak szerint gy6z6djon meg rdla, hogy a tapelldtds
osszhangban van a kiegészitd flitéelem kapacitasaval.

Kiegészito Kiegészité Tapellatas Maximalis Z...
fiit6elem tipusa fiit6elem lizemi aram
teljesitménye
*6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 A9 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V®@ 26 AP 0,220
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~ 230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15 A —
*gW 3 kw 3N~ 400 V 4 A -
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kw 3N~ 400 V 13 A -
@ gv3

) Az elektromos berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 elirdsainak (eurdpai/
nemzetkozi miszaki szabvany, amely meghatarozza a haztartasi kisfesziltségi
rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti aramu berendezések
harmonikus dramkibocsatasanak hatarértékeit).

Ez a berendezés abban az esetben felel meg az EN/IEC 61000-3-11 szabvanynak (eurdpai/
nemzetkdzi miszaki szabvany, amely meghatdrozza a haztartasi kisfesziltségi
rendszerekre kapcsolt, fazisonként <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatasanak hatarértékeit), ha a kozcélu halézathoz csatlakozasi ponton a Z
haldzati impedancia kisebb vagy egyenld, mint Z,..,. A szereld vagy a felhaszndlo
felelGssége, hogy — akar az elektromos szolgaltatéval torténd egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés csak olyan tapellatasra legyen csatlakoztatva, amelynek a
Z,,, halozati impedancidja kisebb vagy egyenld, mint Z_ ..

@ 6T1

=

sys

Csatlakoztassa a kiegészit6 fltSelem tapellatasat az aldbbiak szerint:

a Gyarilag szerelt kabel a kiegészits f(itGelem védéreléjére csatlakoztatva a
kapcsoldédobozban (K1M)
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b Helyszini huzalozas (Idsd az aldbbi tablazatot)

Modell (tapellatas)

A kiegészit6 flitGelem tapellatasanak csatlakozasai

*6V (6V3: 1IN~ 230V)

1N~, 50 Hz
230 VAC

*6V (6T1: 3~ 230 V)

H
230 VAC L1

L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

F1B"

I >[1>]
2 |4

|
|
|
|
N

)

F1B

gorbe; C kioldasi karakterisztika.

K5M
Q1DI
SWB
X6M

Biztonsagi véddrelé (az also kapcsolddobozban)
Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakito (nem tartozék)
Kapcsolodoboz
Kivezetés (nem tartozék)

Tuldram-biztositék (nem tartozék). Ajanlott biztositék: 4 polusu, 20 A-es; 400 V-os

SzerelGi referencia-Utmutato
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MEGJEGYZES
NE végja vagy tavolitsa el a kiegészitd flitGelem tapkabelét.

9.3.3 Az elzadrdszelep csatlakoztatdsa

INFORMACIO

o

l Példa az elzardszelep hasznalatara. Ha két kilép6 vizhémeérsékleti zonaval, illetve
padlofiités és hdészivattyu-konvektorok kombinacidjaval dolgozik, szereljen be egy
elzérdszelepet a padlofiités el6tt, nehogy para csapodjon le a padlén, amikor a
rendszer h(tési Gzemmaddban dolgozik. llyenkor a f6 zona hiitési célhémérsékletét
nem lehet bedllitani. A hészivattyd-konvektorok h(tési célhémérséklete a kiegészitd
zéna célhémérsékleti képernydjén allithaté be.

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis Gzemi aram: 100 mA
PCB &ltal biztositott 230 V AC

E [2.D] Lekapcsoldszelep

1 Nyissa fel a kbvetkez6t (1asd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 | Felsd panel 1
3
2 | Felhaszndldi feliilet panelje ‘2

3 |Felsé6 kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa a szelepvezérlé kabelt a megfelel§ kivezetésekre az aldbbi
illusztracionak megfeleléen.

MEGJEGYZES
A huzalozas eltéré az NC (normally closed: alaphelyzetben zért) és az NO (normally

open: alaphelyzetben nyitott) szelepek esetében.

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.4 Az dramfogyasztas-mérék csatlakoztatdsa

Vezetékek: 2 (mérénként)x0,75 mm?

Aramfogyasztas-mérék: 12 V DC impulzusjelzés (a fesziltséget a PCB
biztositja)

E [9.A] Energiamérés

INFORMACIO

[ ]

l Ha az aramfogyasztas-mérén nincs tranzisztoros kimenet, ellendrizze a polaritast. A
pozitiv polaritasu oldal csatlakozasi helye X5SM/6 és X5M/4, a negativ polaritasd oldal
csatlakozasi helye pedig X5M/5 és X5M/3 KELL, hogy legyen.

1 Nyissa fel a kdvetkez6t (1asd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 | Felsd panel 1
3
2 | Felhasznaldi feliilet panelje '2

3 |Fels6 kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa az dramfogyasztdas-mércék kabeleit a megfelel kivezetésekre az
aldbbi illusztracionak megfelel&en.

r=—=—-=-=-=-=- L]
I 83S 828 |
1 ) J |
1 ,_I ,_I 1
: 3 4 56 :
} 1
A [ M S
Ny
i
i
14 ©
==
o
ES
|
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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3 Akabeleket rogzitse kabelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.5 A haszndlatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa

Vezetékek: (2+GND)x0,75 mm?

HMV-szivattyukimenet. Maximalis terhelés: 2 A (bedmlés), 230V AC, 1 A
(folyamatos)

E [9.2.2] HMV-szivattyu
[9.2.3] HMV-szivattyu program

1 Nyissa fel a kovetkez6t (lasd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 | Felsd panel 1
3
2 | Felhaszndldi feliilet panelje ‘2

3 | Felsé kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa a  hasznalatimelegviz-szivattyl  kabelét a  megfelel
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfeleléen.

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.6 Arriasztas kimenetének csatlakoztatasa

Vezetékek: (2+1)x0,75 mm?
Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

E [9.0] Riasztas kimenete

1 Nyissa fel a kovetkez6t (lasd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 | Felsd panel 13

2 | Felhasznaldi feliilet panelje ‘2

3 | Felsé kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa a riasztas kimenetének kabelét a megfelel§ kivezetésekre az
alabbiillusztraciénak megfelelGen.

— 1+2 | Ariasztas kimenetéhez
2 ! csatlakoztatott vezetékek
xam[7 o] 3 |X2M és A4P kozotti vezeték
53 A4P | Az EKRP1HBAA felszerelése
A4P szlkséges.

A —— ——
~F
= —
554 =
m) =
1!
0"
Yl
\
T
il
ES
I
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[=R=l==I=Ta=NY

a EKRP1HBAA felszerelése szlikséges (+ felszerelGlemez, lasd: "9.4 A felszerelSlemez

felszerelése" [ 122]).
b ElSkadbelezés az X2M/7+9 és a Q1L (= a kiegészit§ fitGelem hévédsje) kozott. NE

maodositsa.

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritdokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.7 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa

Vezetékek: (2+1)x0,75 mm?
Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

E_

1 Nyissa fel a kovetkez6t (lasd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1

1 |Fels6 panel 5

2 | Felhaszndldi feliilet panelje ‘2

3 | Felsé kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa a térh(ités/f(ités BE/KI kimeneti kabelét a megfelels
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfeleléen.

—® 1+2 | Atérh(tés/-flités BE/KI kimenetéhez
2 ! csatlakozo vezetékek
xam[7] ] 3 |X2M és A4P kozotti vezeték
53 A4P | Az EKRP1HBAA felszerelése
MP szlkséges.
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a EKRP1HBAA felszerelése szikséges (+ felszerel6lemez, lasd: "9.4 A felszerel6lemez

felszerelése" [» 122]).
b El6kadbelezés az X2M/7+9 és a Q1L (= a kiegészit§ fitGelem hévédsje) kozott. NE

maodositsa.

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.8 Akulsé héforrasra valo atallas csatlakoztatasa

INFORMACIO

[ )
l A bivalens m(kodés csak 1 kilép6 vizhmérsékleti zona esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

" szobatermosztatos szabalyozds, VAGY

= kils§ szobatermosztatos szabalyozas.

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC
Minimalis terhelés: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalens

1 Nyissa fel a kbvetkez6t (1asd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 Fels6 panel 1 s
2 | Felhasznaldi felllet panelje ‘2
3 |Felsé6 kapcsolddoboz fedele
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E

Daikin Altherma 3R F
114 4P629093-1B — 2022.05



9 | Elektromos bekotések

2 Csatlakoztassa a kulsé héforrasra vald atallds kabelét a megfeleld
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfelel&en.

o >
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a EKRP1HBAA felszerelése szlikséges (+ felszerelSlemez, lasd: "9.4 A felszerelSlemez
felszerelése" [» 122]).

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.9 Aramfogyasztd digitalis bemenetek csatlakoztatasa

Vezetékek: 2 (bemeneti jelenként)x0,75 mm?
Aramforras-korlatozas digitdlis bemenetei: 12 V DC/12 mA jelzés (a
feszlltséget a PCB biztositja)

E [9.9] Energiafogyasztas-vezérld.

1 Nyissa fel a kdvetkez6t (1asd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1

1 | Fels6 panel
3
2 | Felhaszndldi feliilet panelje ‘2

3 |Fels6 kapcsolddoboz fedele

2 Csatlakoztassa az daramfogyasztd digitdlis bemeneteinek kabelét a megfeleld
kivezetésekre az aldbbi illusztracionak megfeleléen.

Szerel6i referencia-Utmutato
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a EKRP1AHTA felszerelése szikséges (+ felszerel6lemez, lasd: "9.4 A felszerelSlemez
felszerelése" [» 122]).

3 Akabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

9.3.10 A biztonsagi termosztat csatlakoztatdsa (normal zart kapcsolattal)

1 Nyissa fel a kovetkez6t (lasd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1

1 |Fels6 panel
3
2 | Felhaszndldi feliilet panelje ‘2

3 | Felsé kapcsolddoboz fedele

F6 zona

Vezetékek: 2x0,75 mm?

2 Csatlakoztassa az (alapesetben zart) biztonsagi termosztat kdbeleit a
megfelel§ kivezetésekre az aldbbi illusztraciénak megfelelGen.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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]
2
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3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritdokkal a kdbelrdgzité pontokhoz.

INFORMACIO

[ ]
l A biztonsagi termosztdt (nem tartozék) felszerelése kotelezd a f6 zéna esetén,
enélkil az egység NEM fog mUikodni.

MEGJEGYZES
A f6 zéndra KOTELEZO a biztonsagi termosztat felszerelése a zénaban esetleg fellépé

tul magas vizhémeérséklet megel6zése érdekében. A biztonsagi termosztat jellemzéen
egy hémérséklet alapjan vezérelt, alapesetben zart csatlakozéval rendelkezd szelep.
Ha a vizhémérséklet tul magas a f6 zéndban, a csatlakozd kinyilik, a felhasznaldi
feltleten pedig a 8H-02 hiba jelenik meg. CSAK a f6 szivattyu all le.

Kiegészitd zéna

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Maximalis hossz: 50 m

Biztonsagitermosztat-csatlakozas: 16 V DC jelzés (a fesziltséget a PCB
biztositja). A feszlltségmentes csatlakozonak minimum 15V DC, 10 mA
aramerd@sséget kell vezetnie.

4 Csatlakoztassa az (alapesetben zart) biztonsdgi termosztat kabeleit a
megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracidnak megfelelGen.

Megjegyzés: A (gyarilag felszerelt) athidald vezetéket el kell tavolitani az érintett
kivezetésekrdl.

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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5 Akabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kdbelrdgzité pontokhoz.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy a kiegészit6 zéna biztonsagi termosztatjanak kivalasztasa és

felszerelése soran a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelGen jarjon el.

A biztonsagi termosztat akaratlan kioldasanak megakadalyozésa a kovetkezéket
javasoljuk:

® A biztonsagi termosztat legyen automatikusan visszaallithato.
= A biztonségi termosztat h6mérséklet-ingadozésa legfeljebb 2°C/perc legyen.

= Legyen legaldbb 2 méter tavolsag a biztonsagi termosztat és a 3 jaratu szelep
kozott.

MEGJEGYZES
Hiba. Ha eltavolitja az athidaldt (nyitott dramkaér), de NEM csatlakoztatja a biztonsagi

termosztatot, 8H-03 ledllitasi hiba fog bekovetkezni.

9.3.11 Csatlakozas okoshaldzathoz

Ez a szakasz a beltéri egység okoshaldozathoz vald csatlakoztatdsanak 2 lehetséges
maodjat ismerteti:
= Kisfesziltségli okoshdldzati csatlakozok esetén

= Nagyfeszlltségld okoshaldzati csatlakozok esetén. A csatlakoztatdshoz be kell
szerelni az okoshaldzat relékészletét (EKRELSG).

A 2 bemeneti okoshdldzati csatlakozé a kovetkez6 okoshdldzati mddokat képes
aktivalni:

SzerelGi referencia-Utmutato
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Okoshaldzati csatlakozé Okoshalézati izemmod
(1] (2]

0 0 Szabad Uzem

0 1 Kényszerkikapcsolas

1 0 Ajanlott be

1 1 Kényszeritett be

Az okoshalézati impulzusmérd hasznalata nem kotelez6:

Ha az okoshalézati impulzusméré... Akkor a [9.8.8] Korlatozas
bedllitdsa kW-ban...
Hasznalatban van Nem alkalmazhato
(19.A.2] Aramfogyasztas-mérs 2 #
Nincs)
Nem hasznalt Alkalmazhatd

([9.A.2] Aramfogyasztas-mérd 2=
Nincs)

Kisfesziiltségli okoshalozati csatlakozok esetén

Vezetékek (okoshalézat impulzusmérdje): 0,5 mm?
Vezetékek (kisfeszultségl okoshaldzati csatlakozdk): 0,5 mm?

9.8.4]=3 (Kedvezményes elektromos aram=0koshaldzat)
9.8.5] Okoshdlézati lizemmdd

[
[
[9.8.6] Elektromos flitGelemek engedélyezése
[9.8.7] Szobapufferelés engedélyezése

[

9.8.8] Korlatozas bedllitasa kW-ban

Az okoshdlézatot az aldbbiak szerint kell bekotni kisfeszlltségl csatlakozok esetén:
X5M

[3]4]5]6]9]10[13]14]
| | L1
o o -

S4S S11S S10S

a Athidalé (gyarilag beszerelve). Ha biztonsagi termosztatot (Q4L) is csatlakoztat,
cserélje le az athidaldt a biztonsagi termosztat vezetékeire.
S4S  Okoshaldzat impulzusméréje
@/s10s Kisfesziltségli okoshaldzat 1. csatlakozdja
A/s11s Kisfeszlltségli okoshalozat 2. csatlakozoja

1 Nyissa fel a kovetkez6t (lasd: "7.2.4 A beltéri egység felnyitasa" [» 58]):

1 |Felss panel 1 s
2 | Felhasznaldi felllet panelje ﬁz
3 | Felsé kapcsolddoboz fedele
2 Csatlakoztassa a vezetékeket az alabbiak szerint:
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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3 Akabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kdbelrogzité pontokhoz.

Nagyfesziiltségli okoshalozati csatlakozdk esetén

Vezetékek (okoshdldzat impulzusmérdje): 0,5 mm?

Vezetékek (nagyfesziiltségli okoshaldzati csatlakozdk): 1 mm?2

=l

[9.8.4]=3 (Kedvezményes elektromos aram=0koshalézat)
[9.8.5] Okoshdaldézati Uzemmdd

[9.8.6] Elektromos fitbelemek engedélyezése

[9.8.7] Szobapufferelés engedélyezése

[9.8.8] Korlatozas beallitasa kW-ban

Az okoshdlézatot az aldbbiak szerint kell bekdtni nagyfeszlltségl csatlakozdk

esetén:
X5M X5M
xtom[1|2[3|4]| [10]9|6|5]| [14][13[4]3]

Al Al

A2 A2
NL NL KIA K2A  KIA K2A S48
9 o a b | c d e | f
STEP3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Az okoshaldzat relékészletének beszerelése
STEP 2 Kisfeszlltségl csatlakozok
STEP 3 Nagyfeszlltségli csatlakozok
Nagyfeszlltségl okoshaldzat 1. csatlakozdja
(2] Nagyfeszlltségl okoshaldzat 2. csatlakozdja
a, b Arelék tekercsoldala
c,d Arelék érintkezGoldala

SzerelGi referencia-Utmutato
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e Athidalé (gyarilag beszerelve). Ha biztonsagi termosztatot (Q4L) is csatlakoztat,
cserélje le az athidaldt a biztonsagi termosztat vezetékeire.
f Okoshaldzat impulzusmérdje

1 Szerelje be az okoshaldzat relékészletének alkatrészeit az aldbbiak szerint:

b4 d
RS <2
W a

@ x2

&

DAIKIN EUROPE N.V.

K1A K2A

X10M

K1A, K2A Relék
X10M Csatlakozodblokk
a Az X10M csavarjai
b AKI1A és K2A csavarjai
¢ A nagyfesziltségl vezetékekre elhelyezendd matrica
d Arelék és az X5M kozotti vezetékek (AWG22, narancssarga)
e Avrelék és az X10M kozotti vezetékek (AWG18, voros)

°
[]:D o e f o e

=]

2 Csatlakoztassa az alacsony fesziltségl kabelt az aldbbiak szerint:

re=-=-=-=-=== hl
1 X5M.4 1
s4s |
1 1
A S .
[ °* 1=
L |

B
B

°D|:|

[m]

0

0

0

|E| \ - /

0 sooooo0o N\
- ©

! []:D O oooco - o

3 Csatlakoztassa a nagyfesziltségl kabelt az aldbbiak szerint:
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F=———————— L]

1 X10MA | |

1 X10M.2 Nol

1

X10M3 | |

1 X10M.4 Nel

A [ o4
[ -]
&
i)
=
[

(1] Nagyfeszlltségl okoshaldzat 1. csatlakozdja
Nagyfeszlltségli okoshaldzat 2. csatlakozdja

(=R =l=T=T=TgT=N,

=]

4 A kabeleket rogzitse kdbelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz. Ha sziikséges,
kotegelje a kdbel megmaradt részét kabelrogzitével.

9.3.12 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék)

E [D] Vezeték nélkiili atjaré

1 Helyezze be a WLAN-kazettdt a beltéri egység felhasznaldi fellletén taldlhaté
nyilasba.

9.4 A felszerel6lemez felszerelése

Miel6tt felszerelné a kommunikacidés PCB-t vagy a digitélis KI/BE PCB-t, a kdvetkezd
maodon kell felszerelnie a felszerel6lemezt:

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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a Felszerel6lemez + csavar (mellékelt tartozék)
b Kommunikaciés PCB esetén (A8P: EKRP1AHTA)
¢ Digitdlis KI/BE PCB esetén (A4P: EKRP1HBAA)

9.5 Az elektromos huzalozas beltéri egységhez vald csatlakoztatasa utan

Zarja le az alacsony feszlltségl kabelek nyildsait a szigetel6szalaggal (mellékelt

tartozék), hogy ne jusson viz a kapcsolédobozba.

Kisfesziiltségli kabelek nélkl

Kisfesziiltségli kabelekkel

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN
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10 Konfiguralas

INFORMACIO

o
l Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum h(itéssel foglalkozd

részei NEM alkalmazhatok.

Ebben a fejezetben

10.1

10.2
10.3

10.4

10.6

10.7
10.8

Attekintés: Konfiguralds

10.1.1  Aleggyakrabban hasznalt parancsok elérése...
10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatdsa a kapcsolodoDOZNOZ. ......cviveiiviiiiiiieicceee e 127
Konfiguralas varazslo

Lehetséges képernydk....
10.3.1  Lehetséges KEPernyOk: AtLEKINTES .........co.ovviveeeeeeoeeee oot 129
10.3.2  KezdBképernys

10.3.3  Fémenu képernydje ..

T0.3.4  MENU KEPEIMYG ...ttt a et s ettt a et sttt s et ettt s e bt et es et es b s e s eene

10.3.5  Célhémérséklet képernydje
10.3.6  Ertékeket megjelenitd részletképernyd.
ElGre beallitott ErteKek €S PrOBramOK .. .ii ittt
10.4.1  Azel6re bedllitott értékek hasznélata ...
10.4.2  Programok beallitdsa és hasznalata

10.4.3  Programozds KEPEINYE: PEITE .........cuiiiiiiiiiieeeee ettt
10.4.4 Az energiadrak beallitdsa

|d6jarasfiggd gorbe
10.5.1  Miaz az idGJArasfligEG SOIDE ...ttt ettt ettt 145
10.5.2 2 pontos gorbe

10.5.3  Gorbeeltoldsos gorbe... .
10.5.4  1dGjarasfiggl gOrbEK NASZNAIAta .......ocieuiiiiiieiiieii ettt 148

Bedllitasok ment
10.6.1  Meghibasodas ...
10.6.2

10.6.3
10.6.4  Kiegészit6 zona..
10.6.5  TEIFULES/TEINULES ...ttt 169

10.6.6  Tartaly
10.6.7  Felhasznaldi beallitasok....
T0.6.8  INFOIMEACIO 1.ttt
10.6.9  Szerel6i bedllitasok....
10.6.10 Belizemelés ....
10.6.11 Felhasznaldi profil .
10.6.12  Uzemeltetés ...
10.6.13  WLAN...
Mentszerkezet: Felhasznaloi bedllitasok attekintése...

Menlszerkezet: Szerel6i bedllitdsok AtEEKINTESE . ....iiiiiiii e

10.1 Attekintés: Konfiguralas

Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer felszerelés utani
konfiguralasahoz.

Miért

Ha NEM dllitja be megfeleléen a rendszert, elképzelhets, hogy NEM a vart mddon
fog mikodni. A konfigurdlds a kovetkezdket befolydsolja:

= A szoftver szamitasait

= Afelhasznaldi fellleten lathaté és végrehajthatd elemeket

Hogyan

A rendszert a felhasznaldi fellleten keresztll allithatja be.

SzerelGi referencia-Utmutato
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10 | Konfigurélas

= Els6 alkalom — Konfiguralds varazslo. Amikor el8szor kapcsolja BE a felhasznaldi
fellletet (az egységen keresztil), egy konfigurdlds varazsld segit bedllitani a

rendszert.

= Inditsa Gjra a konfigurdlas vardzslét. Miutdn a rendszer be lett allitva, barmikor
Ujraindithatja a konfigurdlds vardzslot. A konfigurdlds vardzslé Ujrainditdsahoz
lépjen a Szerel6i bedllitasok > Beallitas varazsld menipontra. Az
Szerel6i bedallitasokeléréséhez lasd: "10.1.1 A leggyakrabban hasznalt

parancsok elérése" [» 125].

= A késbébbiekben. Ha szikséges, a konfigurdldast a menlszerkezetben vagy a

bedllitasok attekintésében mddosithatja.

INFORMACIO

°
l Miutan a konfiguralds vardzslo lefutott, a felhaszndldi fellleten egy attekinté

képernyé jelenik meg, amelyen a rendszer kéri a beallitasok megerdsitését. A
megerdsitést kovetéen a rendszer Ujraindul, és a kezd6képernyd jelenik meg.

A beallitasok elérése — Jel6lések a tablazatokban

A szerel6i beallitdsokat két kilonb6z6 maodszerrel érheti el. NEM minden beallitas
érhet6 el azonban mindkét mddszerrel. Ebben az esetben az ebben a fejezetben
taldlhaté tablazatok megfeleld oszlopaban az N/A (nem alkalmazhatd) jelolés

szerepel.

Modszer A tablazatok oszlopa

A bedllitasok elérése a kezdémentii képernyGjén vagy

a meniiszerkezeten belili navigacids Utvonalon példaul: [2.9]

keresztil. A navigacios elemek engedélyezéséhez
nyomja meg a ? gombot a kezd8képernyén.

A bedllitdsok elérése a helyszini beallitasok

attekintésében talalhato kodon keresztul. Példaul: [C-07]

Lasd még:
= "Hozzaférés a szerelbi bedllitdsokhoz" [» 126]

= "10.8 Menuszerkezet: SzerelGi beallitasok attekintése" [» 217]

10.1.1 Aleggyakrabban haszndlt parancsok elérése

A felhasznal6i jogosultsagi szint médositasa

A felhaszndldi jogosultsagi szintet a kbvetkez6képp mddosithatja:

1 |Lépjen a [B] pontra: Felhasznaldi profil. (@s-O
B
8 Felhasznaloi profil
2 |Adja meg a felhasznaldi jogosultsagi szintnek megfeleld PIN- —
kodot.
= BOngéssze végig a szamjegyek listdjat, és modositsa a O @,
kivalasztott szamjegyet.
= Mozgassa a kurzort balrél jobbra. 1©---0
= Erdsitse meg a PIN-kddot, és [épjen tovabb. Q-0
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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10 | Konfiguralas

Szerel6 PIN-kodja

A Szereld PIN-kédja 5678. A rendszer Ujabb mentelemekkel és szerel8i
beallitasokkal bévlt.

Szereld

A haladé felhaszndlé PIN-kddja

A Haladé felhasznald PIN-kddja 1234. Most mar lathatéva valtak a tovabbi
menipontok.

Haladé felhasznald

1234

A felhasznalé PIN-kédja
A Felhaszndalo PIN-kodja 0000.

Felhasznalo

0000

Hozzaférés a szerelGi beallitasokhoz

1 Allitsa a felhasznaléi jogosultsagi szintet Szereld értékre.

2 Lépjena[9] pontra: Szereldi beallitdsok.

Bedllitas attekintésének modositasa
Példa: Mddositsa az [1-01] elemet 15-rél 20-ra.

A legtobb beadllitds a meniszerkezetbdl konfiguralhatd. Ha barmilyen okbdl
modositani szikséges valamely bedllitast a bedllitdsok attekinté fellletén, az a
kovetkezEképp érhetd el:

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa" [» 125].

2 |Lépjena[9.l] pontra: Szerel6i bedllitasok >Helyszini (Qe-O
beallitdsok attekintése.

3 | A bal oldali teker8kapcsolo forgatdsaval valassza ki a bedllitas e
elsé részét, majd a tekerékapcsold benyomasdaval erésitse meg.

W N - O

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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4 | A bal oldali tekerékapcsolé forgatasaval valassza ki a beallitas 1©---0
masodik részét
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 |Ajobb oldali teker6kapcsold forgatasaval allitsa az értéket 15- 0@
rél 20-ra.
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 | A bal oldali tekerékapcsold benyomdsaval er@sitse meg az Uj QO
beallitast.
7 |Nyomja meg a kdzéps6 gombot a kezd6képernybre vald "
visszatéréshez.

INFORMACIO

°
l Miutdn modositotta a beadllitdsokat az attekinté fellleten, és visszalép a
kezd6képernydre, a felhasznaldi feltleten egy felugro képernyé jelenik meg, amely a
rendszer Ujrainditasat kéri.

A megerdGsitést kovetéen a rendszer Ujraindul, és a legutobbi mddositasok életbe
|épnek.

10.1.2 A PC-kabel csatlakoztatasa a kapcsolédobozhoz
A PC-t és a hydro PCB-t csatlakoztatnia kell egymashoz, ha frissiteni szeretné a
hidromodul szoftverét és EEPROM-jat.
El6feltétel: A(z) EKPCCAB4 készlet szlikséges.
1 Csatlakoztassa a kabel USB-csatlakozdjat a szamitégéphez.

2 Csatlakoztassa a kabel csatlakozdéjat a beltéri egység kapcsolédobozanak X10A
elemén taldlhaté A1P bemenetre.

©

G}

R A JZNY i

3 Kilonosen tgyeljen a csatlakozo helyzetére!

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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MEGJEGYZES
Az X10A bemenethez mar csatlakozik egy masik kabel. A PC-kdbel X10A bemenethez

vald csatlakoztatasahoz dtmenetileg valassza le ezt a masik kdbelt. NE felejtse el
késébb ujbdl csatlakoztatni.

10.2 Konfiguralas varazslo

A rendszer els§ BEKAPCSOLASAT koévetSen a felhasznaloi feliileten elindul egy
konfiguralas vardzsld. Ezzel a varazsldval megadhatok a legfontosabb kezdeti
bedllitdsok az egység megfeleld miikodéséhez. Sziikség esetén a késSbbiekben
tovabbi bedllitdsok is konfigurdlhatdk. Ezeket a bedllitdsokat a meniszerkezetben
lehet modositani.

Itt taldlja a konfiguracid bedllitdsainak rovid attekintését. Minden beadllitas
modosithaté a beallitdsok meniben is (hasznalja a navigacids elemeket).

A beillitshoz... | Lasd...

Nyelv [7.1]
Id6/datum[7.2]

Ora _

Perc

Ev

Hénap

Nap

Rendszer

Beltéri egység tipusa (csak "10.6.9 Szerel&i beallitasok" [» 191]
olvashatd)

Kiegészit6 flit6elem tipusa
[9.3.1]

Hasznalati meleg viz [9.2.1]

Vésziizem [9.5.1]
Z6nak szama [4.4] "10.6.5 Térf(ités/térh(ités" [» 169]

Kiegészit6 flitbelem

SzerelGi referencia-Utmutato
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A beallitashoz... Lasd...
Feszliltség [9.3.2] "Kiegészit§ fitGelem" [» 193]
Bedllitds [9.3.3]

Teljesitmény - 1. fokozat
[9.3.4]

Kiegészit6 teljesitmény - 2.
fokozat [9.3.5] (ha alkalmazhatd)

F6 zdna
H6leadd tipusa[2.7] "10.6.3 F6 zéna" [» 155]
Vezérlés [2.9]

Célhém.mdd [2.4]

Fltési IF gorbe [2.5] (havan)

Program [2.1]

Kiegészit6 zodna (csak ha [4.4]=1)

H6leaddé tipusa[3.7] "10.6.4 Kiegészitd zona" [» 165]

Vezérlés (csak olvashatd) [3.9]
Célhém.moéd [3.4]
Fltési IF gorbe [3.5] (havan)

Program [3.1]

Tartaly
Felfiités méd [5.6] "10.6.6 Tartaly" [» 177]

Kényelmi célhémérséklet [5.2]

Gazdasagos célhomérséklet [5.3]

Ujramelegités célhémérséklet
[5.4]

10.3 Lehetséges képernydk

10.3.1 Lehetséges képernydk: Attekintés

A kovetkez6 képernydkkel taldlkozhat a leggyakrabban:

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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(ol || B2

c3 c4

Kezd6képernyd

Fémenl képernybje

c Alképernydk:

cl: Célhémérséklet képernyd

c2: Ertékeket megjelenits részletképernyd

c3: Az idGjarasfuiggs gorbét tartalmazo képernyd
c4: A programot megjelenité képernyé

T Q

10.3.2 Kezdd&képernyd

Nyomja meg a 4 gombot a kezd6képernyGre vald visszatéréshez. Itt egy attekintést
lathat az egység konfiguralasardl, valamint a szoba- és a célhémérsékletet. A
kezd&képernyén csak a konfiguradlasra vonatkozd szimbdlumok jelennek meg.

e3al a2 b ¢

|||
/\ 26Feb2019 |

||
‘/‘ 22:19
B0 g

0

k1 Q0
2 I A
e2 /’ A @ :
I | 1 (Y (S

|
i1 i2 i3 i4 h1 h2

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
{00 Léptetés a fémend listajaban.
Qsr-O Ugrds a fémeni képernyGjére.
? Navigacids elemek engedélyezése/letiltdsa.
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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Elem ‘ Leiras

a |Hasznalati meleg viz

al é) Hasznalati meleg viz

a2 | ) | Ameérttartalyhmérséklet®

b |Fertétlenités / Erételjes

& A fert6tlenitési Gzemmaod aktiv
~ Az er6teljes Gzemmad aktiv

c |Vésziizem

(o] A hészivattyl hibaja esetén a rendszer Vésziizem
Gzemmodban mikaodik, vagy kényszeriti a hészivattyu
kikapcsoldsat.

d | Aktualis datum és idé

e |Okosenergia

el \\g Az okosenergia szolarpaneleken vagy okoshaldzaton keresztdl
érheté el.

e2 A | Atérftés okosenergiarol mikodik.

e3 A | Ahasznélati meleg viz okosenergiardl miikodik.

f |Helyiség izemmod

%& Fltés

g | Kiiltéri/csendes lizemmod

gl | (6) |Ameértkiltéri hmérséklet®
g2 {® | Acsendes tizemmad aktiv
g3 ®=] | Kiltéri egység

h |Beltéri egység/hasznalatimelegviz-tartaly

hl All6 beltéri egység beépitett tartéllyal

Falra szerelt beltéri egység

D Falra szerelt beltéri egység kulonallo tartallyal
1

h2 bar Viznyomas

ERGAO04~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Elem

i |F6zdna

il

Felszerelt szobatermosztat tipusa:

Az egység miikodésének szabdlyozasa a dedikalt kényelmi
felhasznaldi felllet (szobahdmérséklet-érzékelSként hasznalt
BRCIHHDA) kultéri hémérséklete alapjan torténik.

Az egység m(ikodését a (vezetékes vagy vezeték nélkili) kilsé
szobatermosztat hatdrozza meg.

Nincs felszerelve vagy bedllitva szobahémérséklet-érzékels.
Az egység miikodésének meghatdrozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobah&mérséklettdl és/vagy a szoba flitési igényétdl
flggetlendl.

Felszerelt h6kibocsato tipusa:

Padlofités

Klimakonvektor

Radidtor

i3

A mért szobahémérséklet®

i4

A kilép6 viz célhémérséklete®

j |Sziinnap lizemmadd

=

A sziinnap Uzemmad aktiv

k |Kiegészité zona

k1

Felszerelt szobatermosztat tipusa:

Az egység mkddését a (vezetékes vagy vezeték nélkuli) kilsé
szobatermosztat hatdrozza meg.

Nincs felszerelve vagy beallitva szobah6mérséklet-érzékelé.
Az egység miikodésének meghatarozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobahémérséklettdl és/vagy a szoba flitési igényétdl
fuggetlendl.

k2 |Felszerelt h6kibocsato tipusa:
EEEEE Padlofiités
Klimakonvektor
Wr__ |radiator
k3 A kilépd viz célhdmérséklete®
| |Hiba
JAN Meghibasodas épett fel.
/N Tovabbi informaciok: "14.4.1 Sugoszdveg megjelenitése hibas

mUkodés esetén" [» 246].

@ Ha a megfelels izemmad (példaul a térfiités) nem aktiv, akkor a kor sziirke.

SzerelGi referencia-Utmutato
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10.3.3 Fémenu képernydje

Amikor a kezd&képernyén van, nyomja be ( @:-O) vagy forditsa el (t0:-0) a bal
oldali teker6kapcsolét a fémenl képernydjének megnyitdsahoz. A fémentbdl
elérheti a kilonb6z6 célhémérséklet képernydket és almeniket.

2

L} Meghibasodas

@ Szoba
[Srsz0na

M Kiegészit6 zona
£¢ Terflités/-hiites

a Kivalasztott almeni

Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n

{@--:0 Léptetés a listaban.

Q-0 Belépés az almenibe.

? Navigacids elemek engedélyezése/letiltasa.

Almenii

Leiras

L vagy /N Meghibasodas

Korlatozas: Csak meghibasodds esetén jelenik
meg.

Tovabbi informacidk: "14.4.1 Sugdszoveg
megjelenitése hibas mikodés esetén" [» 246].

@ Szoba

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a
dedikalt kényelmi felhasznaldi felllet (a
szobahdmeérséklet-érzékel6ként hasznalt
BRC1HHDA) vezérli a beltéri egységet.

A szobahd&mérséklet bedllitasa.

A f6 z6na kibocsatotipusanak megfeleld
szimbdlumot jeleniti meg.

A f6 zona kilépd vizhEmérsékletének
beallitasa.

(3]

Ml Kiegészit6 zdéna

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha két
kilép& vizhmérsékleti zona van. A kiegészits
zéna kibocsatétipusanak megfeleld
szimbodlumot jeleniti meg.

A kiegészitd zona kilép6 vizhEmeérsékletének
bedllitdsa (ha van).

LETérfités/-hiités

Az egységre vonatkozd szimbdlumot jeleniti
meg.

Az egység fltési vagy hitési Gzemmaddra
allitasa. A csak f(itésre alkalmas modelleknél
nem lehet médositani az Gzemmddot.

(5]

(#Tartaly

A hasznalatimelegviz-tartdly hémérsékletének
beallitasa.

(7]

OFelhasznaléi
beallitasok

Hozzaférést biztosit a felhasznaloi
bedllitdsokhoz, példaul a sziinnap
Uzemmoddhoz és a csendes izemmaddhoz.

® Informacis

Adatokat és informdcidkat jelenit meg a beltéri
egységrél.

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05

PDAIKIN

Szerel6i referencia-Utmutato

133



10 | Konfiguralas

Almenii Leiras
[9] X Szerel6i Korlatozas: Csak a szerel6nek.
beallitdsok

Hozzaférést biztosit a specidlis bedllitdsokhoz.

[A] B Beiizemelés

Korlatozas: Csak a szerel6nek.

Tesztek és karbantartads végrehajtasa.

[B] |& Felhasznaléi
profil

Az aktiv felhasznaloi profil megvaltoztatasa.

[C] |OUzemeltetés

A f(ités/h(tés funkcio és a hasznélati meleg viz
el6készitésének be- vagy kikapcsoldsa.

[D] |= Vezeték nélkili

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a

atjaro vezeték nélkuli LAN (WLAN) be lett szerelve.
A ONECTA alkalmazas konfiguraldsakor
szlkséges beallitasokat tartalmazza.
10.3.4 Menu képerny§
Példa:
71
| O Nyelv
Idé/datum
Szabadsag
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
-0 Léptetés a listaban.
QO Belépés az almenibe/bedllitasba.

10.3.5 Célhémérséklet képernydje

A célhémérséklet

képernyégje

az olyan rendszerosszetev6ket bemutatd

képernyskon jelenik meg, amelyeknél sziikség van a célhémérsékletre.

Példak

[1] A szobahémérséklet képernydje

1

o 21

Szoba

[3] A kiegészité zona képernydje
3

ol (45

Kiegészité zona

[2] A f6 z6na képernydje
2

S (35

F& z6na

[5] A tartdlyhémérséklet képernygje
5

(750

Tartaly
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Magyarazat
d
a2 b2
e d d
al € b1\~
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
©---0 Léptetés az almend listajaban.
Q-0 Ugrds az almendire.
0@ A kivant hémérséklet mddositasa és automatikus alkalmazasa.
Elem Leiras

Minimalis h6mérséklet al |Azegység dllitja be

a2 |Aszerel6 korlatozza

Maximalis hémérséklet bl |Az egység allitja be

b2 |Aszerel§ korlatozza

Aktudlis hémérséklet ¢ |Az egység méri

Kivant hémérséklet d | Anodveléséhez/csokkentéséhez
forditsa el a jobb oldali
tekerékapcsolot.

Almend e |Azalmendre valé ugrashoz
forditsa el vagy nyomja be a bal
oldali tekerékapcsolot.

10.3.6 Ertékeket megjelenitd részletképernyé
Példa:

7.241 1d6/datum
1 ] 6ra 1
Perc 30
| | I |
| | | | | |
a c b a c b

a I§ea’|l|’ta’sok
b Ertékek
c Kijelolt beallitas és érték

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
©---0 Léptetés a bedllitdsok listajaban.
0@ Az érték modositasa.
O Q. A kovetkez6 bedllitasra valo 1épés.
Q0O A valtoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.
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10.4 ElGre beallitott értékek és programok

10.4.1 Az elBre bedllitott értékek hasznélata

Az el6re beallitott értékek bemutatasa

A rendszer bizonyos beallitdsaihoz meghatarozhat elére beallitott értékeket. Ezeket
az értékeket csak egyszer kell beallitania, majd Ujbdl felhaszndlhatja az értékeket
mas képerny6kon, példaul a programozasi képernyén. Ha kés6bb mddositand az
értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges el6re beallitott értékek

Az aldbbi felhasznald altal el6re megadott értékeket lehet bedllitani:
El6re beallitott érték

Hol hasznalatos

Tartdlyhémérséklet | [5.2] Kényelmi Ezek az el6re bedllitott értékek

ekitt: [5] Tartdly |célhémérséklet |hasznalhatdk az [5.5] Program
Korlétozas: Csak [5.3] Gazdasagos kepernygrw (Hl\/l\’/—tartall}/_ heti

akkor érvényes, ha | cé1hémérséklet programjanak képernydgje), ha a HMV-
fel van szerelve egy tartaly Gzemmadja a kdvetkez6k

HMV-tartaly. valamelyike:

= Csak program

= Program + Ujramelegités

[5.4] A szoftver ezzel az el6re beallitott
Ujramelegités |értékkel ellenérzi, hogy a HMV-tartaly
célhomérséklet | lzemmaddija a kdvetkezé-e:

Program + uUjramelegités.

Elektromos aram | [7.5.1] Magas Ezek az el6re bedllitott értékek

araitt: [7.5] N haszndlhatok itt: [7.5.4] Program (heti
. [7.5.2] Kbzepes ) -

Felhasznalodi program képernyGje az energiadrak

bedllitasok > |[7.5.3]Alacsony | esetében).

I%lektr"omos Lasd: "10.4.4 Az energiadrak

aram ara

beallitasa" [» 143].
Korlatozas: Csak
akkor érvényes, ha
a szerel§
engedélyezte a
Bivalens
Uzemmaodot.

A felhaszndlé altal el6re megadott értékeken kivil a rendszer gyarilag elére
bedllitott értékeket is tartalmaz, amelyek felhaszndlhatok a programok
létrehozdsahoz.

Példa: A [7.4.2] Felhaszndléi bedllitdsok > Csendes > Program
képernyén (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes
Uzemmoddot kell haszndlnia) a kovetkez§ gyarilag el6re bedllitott értékek
hasznalhatok: Csendes/Csendesebb/Legcsendesebb.

10.4.2 Programok beallitasa és haszndlata

A programok bemutatdsa

A rendszer elrendezésétdl és a szerel6i konfiguralastél figgden tobb vezérl6hoz is
rendelkezésre allhatnak programok.
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Miivelet... Lasd...
Allitsa be, ha egy adott vezérlének program "Aktivalasi képernyg" itt:
szerint kell mUkodnie. "Lehetséges programok" [» 137]

Kivalaszthatja az adott vezérls esetében aktualisan hasznalni kivant programot. A
rendszer tartalmaz néhdany el6re beallitott programot. Elvégezhet§ miveletek:

Az aktudlisan kivalasztott program "Program/Vezérlg" itt:
megtekintése. "Lehetséges programok" [» 137]
Szlkség esetén masik program "Az alkalmazni kivant program
kivalasztasa. kivalasztasa" [» 137]

Sajat program bedllitdsa, ha nem elégedett | = "Lehetséges miliveletek" itt:
az el6re bedllitott programokkal. A "Lehetséges programok" [» 137]

programozhato miveletek vezérlénként - "10.4.3 Programozds képernys:

eltérnek. Példa" [» 139]

Az alkalmazni kivant program kivalasztasa

1 |Lépjen az adott vezérl§ programjara.
Lasd: "Program/Vezérlg" itt: "Lehetséges programok" [» 137].

Példa: F(ités Gzemmaoddban a kivant szobahémérséklet
programjdért Iépjen az [1.2] Szoba > Flités program
képernyére.

2 |Vdlassza ki az aktudlis program nevét. QO

Egyéni program1
O

Ke [ — E—]
Sze o—————— 11
Csl o—————————— 11
Pé o—————————— 11
Szo o—————————— 1
Vas o—————————— 1

3 |Valassza ki a Kivalasztas lehetbséget. Q-0

Il Tores
AI Atnevezés
{r":] Kivalasztas

4 |Vdlassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni. Qs -O

Lehetséges programok

A tablazat a kdvetkezd informacidkat tartalmazza:

= Program/VezérlG: Ebben az oszlopban lathato, hol lehet megtekinteni az adott

vezérl§ esetében aktudlisan kivélasztott programot. Sziikség esetén elvégezhetd
mdveletek:

- Masik program kivdlasztdsa. Lasd: "Az alkalmazni kivant program
kivalasztasa" [» 137].

- Sajat program beallitasa. Lasd: "10.4.3 Programozds képerny6: Példa" [» 139].

Elére beallitott programok: Az adott vezérl§ esetében a rendszerben elérhetd
el6re beallitott programok szama. Szlikség esetén sajat programot is beallithat.

= Aktivalasi képernyd: A vezérlSk tobbsége esetében az adott program csak akkor

lép életbe, ha aktivdlva van a megfelel6 aktivalasi képernyén. Ebben a
bejegyzésben lathatd, hogy az aktivalas hol végezhetd el.
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= Lehetséges miiveletek: A programok bedllitdsdhoz haszndlhaté mdveletek. A
programok tobbsége esetében naponta legfeljebb 6 mdveletet lehet beallitani.

Program/Vezérl6

Leiras

[1.2] Szoba > Fiités
program

A kivant szobah6mérséklet
programozasa flités
Uzemmodban.

El6re beallitott programok: 3
Aktivalasi képernyé: [1.1] Program

Lehetséges miiveletek: H6mérsékletek a
tartomanyon beldl.

[2.2] F6 zbna > Fiités
program

A f6 zona kivant kilépdé
vizhémérsékletének programja
ftés tzemmaodban.

El6re beallitott programok: 3
Aktivalasi képernyé: [2.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= |dGjarasfiggd rendszer esetén: Hmérsékletek
maodositdsa a tartomanyon beldl.

= Ellenkezd esetben: HEmérsékletek a

tartomanyon belil

[3.2] Kiegészit6 zbna>
Fltés program

Annak programozasa, hogy
mikor engedélyezett a
kiegészit6 zéna felf(itése flités
Uzemmodban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [3.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= Ki: Ha a rendszer szamara a kiegészit6 zéna
felf(itése NEM engedélyezett.

= Be: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
felf(itése engedélyezett.

[5.5] Tartaly > Program

A haszndlatimelegviz-tartaly
hémérsékletének
programozasa a normal
hasznalatimelegviz-igényeknek
megfelelSen.

El6re beallitott programok: 1

Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté. Ez a
program automatikusan aktivalédik, ha a HMV-
Uzemmadd a kovetkezék valamelyike:

= Csak program
= Program + Ujramelegités
Lehetséges miiveletek:

= Kényelmi: Mikor kezd&djon meg a tartaly
felf(itése a kovetkezd felhasznald altal el6re
megadott értékre: [5.2] Kényelmi
célhémérséklet.

= Gazdasagos: Mikor kezd6djon meg a tartaly
felf(itése a kovetkezé felhasznald altal el6re
megadott  értékre:  [5.3] Gazdasagos
célhomérséklet.

= Leallitas: Mikor fejez6djon be a tartdly
felflitése, meég akkor is, ha a kivant
tartdlyh6mérséklet még nem lett elérve.

Megjegyzés: Program + Ujramelegités
Uzemmaddban a rendszer a kovetkezd
felhasznald altal el6re megadott értéket is
figyelembe veszi: [5.4] Ujramelegités
célhomérséklet.
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Program/Vezérl6

Leiras

[7.4.2] Felhaszndaléi

El6re beallitott programok: 1

bedllitasok > Csendes >

Aktivalasi képerny6: [7.4.1] Aktivalas (csak
Program

szerelSk szamara érhetd el).
Annak programozasa, hogy az
egységnek mikor és melyik
csendes Gzemmaodot kell
hasznalnia.

Lehetséges miiveletek: A kbvetkez§ gyarilag
el6re beallitott értékek hasznalhatok:

= Ki

= Csendes

= Csendesebb

= Legcsendesebb

Lasd: "A csendes Gzemmod
bemutatdsa" [» 186].

[7.5.4] Felhasznaloi
bedllitasok > Elektromos
aram ara>Program

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté

Lehetséges miiveletek: A kovetkez6 gyarilag

Annak programozasa, hogy elére bedllitott értékek hasznalhatok:

mikor érvényes egy adott

elektromos dijszabds. * Magas

= KOzepes
= Alacsony
Lasd: "10.4.4 Az energiaarak beallitasa" [» 143].

10.4.3 Programozas képernyd: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet bedllitani a f6 zéna szobah&mérséklet-
programjat flitési médban.

INFORMACIO

°
l Az egyéb programok megadasa hasonlé modon torténik.

A program bedllitdsanak attekintése

Példa: A kovetkezd programot szeretné létrehozni:

Egyéni program1
[ul

Ke [ — — B
Sze [ — — B
Csl [ — — N
3] [ — — B
Szo O
Vas O

El6feltétel: A szobah&mérséklet-program csak akkor érhet6 el, ha a
szobatermosztatos szabdlyozas aktiv. Ha a kilépd vizh6mérséklet szabalyozasa
aktiv, a f6 zona programjat allithatja be helyette.

1 Lépjenaprogramra.

2 (opciondlis) Torolje ki a teljes hét vagy a kivalasztott nap programjanak
tartalmat.

Allitsa be a Hét 6 programot.
Mdsolja a programot a tobbi hétkdznapra.

Allitsa be a Szombat programot, és masolja 4t Vasarnap szamara is.

a U A W

Nevezze el a programot.
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Ugras a programra

1 |Lépjenaz[1.1] pontra: Szoba > Program. e
2 | Allitsa a programozast a kovetkezére: Igen. e
3 |Lépjenaz[1.2] pontra: Szoba > Flités program. QO

A heti program tartalmdanak torlése

1 |Valassza ki az aktuadlis program nevét. QO

Egyéni program1
[l

Sze o0
Csl o0
Pé e — ]}
Szo o——————————n
Vas o——————————n

2 | Valassza kia Torlés lehet8séget. e
f Teries
AI Atnevezés
# Kivalasztas

3 |Vdlassza az OK gombot a megerd@sitéshez. QO

A napi program tartalmanak torlése

1 |Vaélassza ki a napot, amelynek a tartalmat torolni szeretné. (@O
Példaul: Péntek

Egyéni program1
O

Hé ocC
Ke [ — — N
Sze [ — — N
Csii [ — — N
Pé [ — — N
Szo e — ]|
Vas e — ]|

2 | Vdlassza kia Torlés lehetdséget. Q-0
f Tories
@ Szerkesztés
Masolas

3 | Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. e

A Hétf6 program beallitasa

1 |Vaélassza ki a HEtfO lehetbséget. e

Egyéni program1
Hé ml
Ke ] —
Sze ] —
Csi O———————n
P¢ ] —
Szo o0
Vas o0
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2 |Valassza kia Szerkesztés lehet6séget. HGEHe)

f Tores
@ Szerkesztés

Mésolas

3 | A bal oldali teker6kapcsold segitségével valasszon ki egy 1©---0
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoléval. Minden napra legfeljebb 6 mdveletet
programozhat be. A sdvon a magas héGmérsékletnek sotétebb
szine van, mint az alacsonynak.

om0 Hé
24

0 12

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :

17:30 21°C

Megjegyzés: Egy mUvelet torléséhez az idejét az el6z6 mUvelet
idejeként allitsa be.

4 | Er@sitse meg a valtoztatasokat. QO

Eredmény: A hétf6i program be van allitva. Az utolsé mivelet
értéke a kovetkez6 beprogramozott miveletig érvényes. Ebben
a példaban a hétf6 az elsé beprogramozott nap. Ezért az utolséd
beprogramozott mdvelet a kdvetkezé hétfé elsé miveletéig
érvényes.

A program masolasa a tébbi hétkoznapra

1 |Valassza ki a HétfG lehetbséget. QO

Egyéni program1
O

Sze S —
Csl S —
Pé L —
Szo e
Vas e

2 |Valassza ki aMasolas lehetdséget. @:-O

W Tores
[% Szerkesztés

Mésolas

Eredmény: A masolt nap mellett megjelenik a C jel.

3 | Valassza ki a Kedd lehetéséget. Qs -O

Egyéni program1
O

Sze e — ]
Csli e —
Pé e —
Szo e —
Vas e —
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4 |Vilassza kiaBeillesztés lehetséget.

f Tories
@ Szerkesztés

Mésolas

E) Beillesztés

Eredmény:

Egyéni program1
Heé O
Ke ] E— — N
Sze e — ]}
[o R e — ]
Pé ] —
Szo ] —
Vas ] —

Heé
Ke [ — — ]
Sze ] E— — N
Csii ] E— — N
Pé ] E— — N
Szo e — ]}
Vas ]

A Szombat program bedllitasa és atmadasolasa Vasarnap szamara

1 |Vaélassza ki a Szombat lehetdséget.

Q-0

2 |Valassza kia Szerkesztés lehetéséget.

Q-0

3 | A bal oldali teker&kapcsold segitségével valasszon ki egy
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoldval.

O e SZ0
24

0 12
8:00 21°C
23:00 18°C

©---O

[OIXXIO)]

Erdsitse meg a valtoztatasokat.

@O

Vélassza ki a Szombat lehet8séget.

@O

Valassza ki a Masolas lehetdséget.

QO

Vdlassza ki a Vasarnap lehet6séget.

@O

0 N oo un s

Vélassza ki a Beillesztés lehetfséget.

Eredmény:

Egyéni program1
He [ml
Ke ] s — i u]
Sze [ —— 5]
Csii [ —— 5]

Szo O — (] C
Vas O

Q-0
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A program atnevezése

1 | Valassza ki az aktudlis program nevét. QO

Egyéni program1
Heé O
Ke [ — — 5]
LN —— — ]
[oX RN —— — 5]
Pé s m— ]
Szo O —
Vas O o]

2 | Vélassza ki a Atnevezés lehetéséget. Q-0

W Tories

AI Atnevezés
@ s 2
Py Kivélasztas

3 | (opcionalis) Az aktualis programnéy torléséhez tallézzon a Q@
karakterlistaban a € lehet6séghez, majd nyomja meg az el§z6
karakter eltdvolitasdhoz. Ismételje meg a torlést a programnév
minden egyes karakterével.

4 | Az aktualis program elnevezéséhez talldzzon a karakterlistaban, O @
és er@sitse meg a kivalasztott karaktereket. A program neve
maximum 15 karakterbdl allhat.

5 |Erdsitse meg az Uj nevet. Q0O
. INFORMACIO
l Nem mindegyik program nevezhetd at.

Hasznalati példa: 3-m(iszakos rendszerben dolgozik
Ha 3-mUszakos rendszerben dolgozik, a kovetkez8t teheti:

1 Allitson be 3 szobahémérséklet-programot, és adjon nekik megfelels neveket.
Példa: ReggeliM(iszak, NappaliM(iszak és EjszakaiMszak

2 Valassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni.

10.4.4 Az energiadrak bedllitdsa

Arendszerben az alabbi energiadrakat allithatja be:
= rogzitett gazar

= 3 elektromos dram arszint

= heti id6szabalyozé az elektromos dram arakhoz.

Példa: Energiaarak beallitasa a felhasznaloi feliileten

Ar Erték a navigacios elemben
Gaz: 5,3 eurocent/kWh [7.6]=5.3
Elektromos aram: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

A gazar beallitasa

1 |Lépjena[7.6] pontra: Felhasznaldéi beallitdsok >Gaz QO
ara.
2 | Valassza ki a gdz megfelel§ arat. @0
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3 | Erdsitse meg a valtoztatasokat. Q-0
. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

Az elektromos aram aranak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: Felhaszndloéi Q4O
bedllitdsok > Elektromos aram ara>Magas/
K6zepes/Alacsony.

2 | Valassza ki az aram megfelel§ arat. ©:-O

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

4 |Ismételje meg ezt a lépést mindharom aramdij esetében. —

. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

INFORMACIO

Ha nincs program beadllitva, az Magas Elektromos aram ara arat veszi
figyelembe a rendszer.

i @

Az elektromos aram ara id6szabalyozdéjanak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.4] pontra: Felhaszndldi bedllitasok > QO
Elektromos aram ara>Program.

2 | Avdlasztott bedllitdst a Program képernydn programozhatja be. —
A Magas, Kbozepes és Alacsony dramdijakat az
aramszolgaltatdja dijszabasanak megfelel6en adhatja meg.

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

INFORMACIO

[

l Az értékek az el6zbleg bedllitott Magas, Kozepes és Alacsony dramdijaknak
felelnek meg. Ha nincs program bedllitva, a Magas elektromos dram arat veszi
figyelembe a rendszer.

Energiadrak a megujulo energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé 6szt6nz6 figyelembe

vételével

Az energiadrak beallitdsakor figyelembe vehet§ egy 0sztonz6 haszndlata. Bar a
muakodtetés koltsége nodvekedhet, a teljes Uzemeltetési koltség a visszatérités
figyelembe vételével optimalizalhatd.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el médositani az energiaarakat az 6sztonzési id6szak végén.

A gdazar beallitasa a megujulé energia kWh-anként valé haszndlatara vonatkozé
0sztonz6 figyelembe vételével

A gaz dranak Osszegét a kovetkez6 képlettel szamolhatja ki:
= Tényleges gazar+(6sztonz6/kWhx0,9)

A gdzdr bedllitdsdnak eljarasaért lasd: "A gazar beallitdsa" [» 143].
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Példa

Az elektromos aram aranak beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé
haszndlatara vonatkozé 6sztonzé figyelembe vételével

Az daramdij 6sszegét a kovetkezd képlettel szamolhatja ki:
= Elektromos aram tényleges ara+6sztonz6/kWh

Az dramdij bedllitdsanak eljardsdért lasd: "Az elektromos &ram dranak
beallitasa" [» 144].

A jelen példaban hasznélt arak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat Ar/kWh
Géz ara 4,08
Elektromos aram ara 12,49
Megujuld hé 6sztonzbje kWh-anként 5

A gaz aranak kiszamitasa

Gaz dra=tényleges gazar+(0sztonz6/kwWhx0,9)

Gaz ara=4,08+(5x0,9)

Géaz ara=8,58

Az elektromos dram ardnak kiszamitasa

Elektromos aram ara=elektromos aram tényleges ara+oszténz6/kWh
Elektromos dram ara=12,49+5

Elektromos dram ara=17,49

Ar Erték a navigacios elemben
Gaz: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektromos aram: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

10.5 Id&jarasfiiggd gorbe

10.5.1 Mi az az id6jarasfuggé gorbe?

IdGjarasfliggé miikodés

Az egység akkor mUkodik id6jarasfiggben, ha a rendszer automatikusan hatdrozza
meg a kilépd viz vagy a tartdly kivant hémérsékletét a kiltéri hGmérséklet alapjan.
llyenkor hozzd van csatlakoztatva egy, az épullet északi falan elhelyezett
hémérséklet-érzékel6hoz. Ha a kils6 hémérséklet csokken vagy né, az egység
azonnal kompenzal, és nem kell a termosztat visszajelzésére varnia a kilépd viz vagy
a tartaly hémérsékletének noveléséhez vagy csokkentéséhez. Mivel gyorsabban

reagal, meggatolja a beltéri hémérséklet nagy ingadozdsait, illetve a vizét a
ledgazépontokon.

El6nyok
Az id6jarasfiggs mikodés csdkkenti az aramfogyasztast.
IdGjarasfiiggé gorbe

A hémérséklet-kilonbségek kompenzaldsa érdekében az egység az idGjarasfliggd
gorbére tamaszkodik. Ez a gorbe hatdrozza meg, hogy hany fokosnak kell lennie a
tartdly vagy a kilépd viz h6mérsékletének kilonb6z6 kiultéri h6mérsékletek esetén.

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05

Szerel6i referencia-Utmutato

145

PDAIKIN



10 | Konfiguralas

Mivel a gorbe lejtése a helyi kortlményektdl flgg, példaul a jellemzd iddjarasi
viszonyoktol és az épllet szigetelésétbl, a gorbét egy szerel6 vagy egy felhasznald
allithatja be.

Az idGjarasfiiggo gorbék tipusai

Az id6jarasfliggs gorbéknek 2 tipusa van:

= 2 pontos gorbe

= Gorbeeltoldsos gorbe

Ontél fuigg, hogy melyiket szeretné hasznalni a h6mérséklet modositasahoz. Lasd:
"10.5.4 |dGjarasfluggs gorbék hasznalata" [» 148].

Elérhet6ség

Az id6jarasfliggd gorbe a kovetkez6khoz érhetd el:

= F8 zéna — Fités

= F8 zona — H(ités

= Kiegészit6 zéna — Flités

= Kiegészit6 zona — H(ités

= Tartdly (csak szerel6k szamdra érhetd el)

INFORMACIO

@

l Az id6jarasfiggd miikodtetéshez megfelelGen kell konfigurdlni a f6 zona, a kiegészité
zoéna vagy a tartdly célhémérsékletét. Ldasd: "10.5.4 Id&jarasfiggd gorbék
hasznalata" [» 148].

10.5.2 2 pontos gorbe
Ezzel a két célhémérséklettel tudja meghatdrozni az id6jarasfiggs gorbét:
= Célhémérséklet (X1, Y2)
= Célhémérséklet (X2, Y1)

Példa
[E ——a
Y2
Y1
X1 X2 0
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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Elem Leiras

a A kivélasztott id6jarasfiuggd zona:
- £ A6 vagy kiegészits zona flitése
- B ATS vagy kiegészit6 zéna hlitése

L / . /
- (% Hasznalati meleg viz

X1, X2  |Példak a kiltéri kornyezeti hémérsékletre

Y1,Y2 |Példdk a kivant tartdlyhémérsékletre és a kiléps vizhémérsékletre. Az
ikon az adott zona hékibocsatdjanak felel meg:

- |E: Padlofiités
- (E): Klimakonvektor egység
- [T: Radiator

. D: Hasznalatimelegviz-tartaly

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

@0 Végigléptetés a hémérsékleteken.

OO} A hémérséklet modositasa.

O Qn A kovetkez6 hémérsékletre [épés.

Q-0 A véltoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe

Lejtés és eltolas

A lejtéssel és az eltoldssal tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:

Mddositsa a lejtést, hogy a kilonboz8 kdrnyezeti hémérsékletek szerint
kalonboz8képpen ndvelje vagy csokkentse a kilépd viz h6mérsékletét. Ha példaul
a kilépd viz hémérséklete dltaldban megfelels, de alacsony kilsé hémérsékleten
tul hideg, novelje a lejtés mértékét, hogy a kilépd viz hémérséklete egyre jobban
ndéjon, minél alacsonyabb a kiilsé hEmérséklet.

Mddositsa az eltolast, hogy a kilonboz6 kornyezeti hémérsékletek szerint
egyforman novelje vagy csokkentse a kilépd viz hémérsékletét. Ha példaul a
kilépé viz hEmérséklete mindig tul hideg, fuggetlenll attol, hogy milyen a kiilsé
hémérséklet, ndvelje az eltoldst, hogy a kilép8 viz hémérséklete minden kilsd
hémérséklet esetén egyforman ngjon.

Példak

Id6jarasfliggs gorbe, amikor a lejtés van kivalasztva:

7 C

E —a ---b A i e
— 1 d

X1 X2 A

Id6jarasfliggd gorbe, amikor az eltolds van kivalasztva:
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— 1 ¢C

S —a ---b | e
4+ d
va e
sz
Y2
Y1
X1 X2 A
Elem Leiras
a IF-gbrbe a mddositdsok eldtt.
b IF-gorbe a mddositdsok utdn (példaként):
= A lejtés modositasakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
eltéré mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton.
= Az eltolds modositdasakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c Lejtés
d Eltolds
e A kivélasztott id6jarasfiggd zona:
= 3£ A f6 vagy kiegészits zona fiitése
- FE A T6 vagy kiegészits zona hiitése
- [ Hasznalati meleg viz
X1, X2 Példak a kiltéri kornyezeti h6mérsékletre
Y1, Y2,Y3, |Példak a kivant tartalyhEmérsékletre és a kilépé vizhEmérsékletre.
Y4 Az ikon az adott zéna hékibocsatéjanak felel meg:
- |E: Padlofiités
- &) Kiimakonvektor egység
- [T: Radiator
. El: Hasznalatimelegviz-tartaly
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
-0 Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.
OO} Lejtés/eltolds mértékének novelése vagy csokkentése.
O @ Ha a lejtés van kivalasztva: lejtés beallitasa és ugras az eltoldsra.
Ha az eltolds van kivalasztva: az eltolas beallitasa.
QO A modositasok meger@sitése és visszatérés az almendre.

10.5.4 |d6jarasfiggd gorbék hasznalata

Az id6jarasfiggs gorbék a kovetkezbképpen konfiguralhatok:

A célhémérsékleti méd meghatarozasa

Az idGjarasfiggé gorbe hasznalatdhoz meg kell hatdroznia a megfelel§

célhémérsékleti modot:

SzerelGi referencia-Utmutato
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Lépjen a kovetkez6 célhémérsékleti
mddra:

Allitsa a célhémérsékleti médot a
kovetkezore:

F6 zéna — Flités

[2.4] F6 zbna > Célh6m.mdd

IF fltés, rogzitett hiités VAGY
Id6jarasfiiggd

F6 z6na — Hiités

[2.4] F6 zb6na>Célhdm.mod

Id6jarasfiiggo

Kiegészit6 zona — Flités

[3.4] Kiegészit6 zbna>
Célhobm.mdd

IF fités, rogzitett hiités VAGY
Id6jarasfliggd

Kiegészit6 zéna — Hlités

[3.4] Kiegészit6 zbna>
Célhém.mod

Id6jarasfiiggd

Tartaly

[5.B] Tartaly > Célhém.mod

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara
érhetd el.

Id6jarasfiiggd

Az idGjarasfiiggd gorbe tipusanak mddositasa

Az Gsszes zona (f6 + kiegészit6) és a tartdly tipusdanak modositasahoz lépjen a [2.E]
F6 zéna>1IF gorbe tipusa menlpontra.

A kivdlasztott tipust a kdvetkez6 menlpontokban is megtekintheti:

= [3.C]Kiegészitd zobna>IF gorbe tipusa

= [5.E] Tartaly > IF gorbe tipusa

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara érhetd el.

Az idGjarasfiiggd gorbe modositasa

Zona

Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

F6 z6na — Flités

[2.5] F6 z6na > F(itési IF gorbe

FG z6na — Hiités

[2.6] F6 z6na >H(tési IF gorbe

Kiegészit6 zéna — Flités

[3.5] Kiegészit6 zdna > Flitési

IF gorbe

Kiegészit6 zéna — Hlités

[3.6] Kiegészitd zona > Hiltési

IF gorbe

Tartaly

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara
érhetd el.

[5.C] Tartaly > IF gorbe

INFORMACIO

i @

Maximalis és minimalis célhémérsékletek

Nem konfiguralhatja a gorbét a zonahoz vagy tartdlyhoz bedllitott maximalis és
minimalis célhémérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a
minimalis célhémérséklet elérésekor a gorbe kiegyenesedik.
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Az idGjarasfiiggd gorbe pontos beallitasa: gérbeeltolasos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zdna vagy

tartaly id6jardsfliggd gorbéje:

On a kdvetkez6t érzi: Pontos bedllitas lejtéssel és
eltolassal:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
hémérséklet esetén: | hémérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ —
megfelel§
A h6mérséklet Melege van N —
megfelel§
Fazik A hémérséklet N ™
megfeleld
Fazik Fazik — T
Fazik Melege van Np ™
Melege van A hémérséklet ™ NJ
megfelel§
Melege van Fazik ™ NV
Melege van Melege van — N

Az idGjarasfiiggd gorbe pontos bedllitasa: 2 pontos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zdna vagy
tartaly id6jarasfuggd gorbéje:

On a kovetkezé6t érzi: Pontos beallitas
célhémeérsékletekkel:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri y2e | y1® | x1® | x2@
hémérséklet esetén: | homérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ — 0 —
megfelel§
A hémérséklet Melege van N — N —
megfelel§
Fazik A hémérséklet — ™ — ™
megfelel
Fazik Fazik T T T ™
Fazik Melege van N§ 0 N ™
Melege van A hémérséklet — N — N
megfelel
Melege van Fazik ™ J T N2
Melege van Melege van N§ N§ Np N

@ | 4sd: "10.5.2 2 pontos gdrbe" [» 146].
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10.6 Bedllitasok ment

Tovabbi beadllitdsokat is megadhat a fémenlképernybje és annak almenui
hasznalataval. A legfontosabb bedllitdsokat az aldbbiakban mutatjuk be.

10.6.1 Meghibasodas

Hibas mikédés esetén a L) vagy a N ikon fog megjelenni a kezd&képernyén. A
hibakéd megjelenitéséhez nyissa meg a menUképerny6t, és lépjen a
[0] Meghibdsodas ponthoz. A hibdval kapcsolatos tovabbi informacidkért nyomja
meg a ? gombot.

0

[0] Meghibasodas

8 Felhasznaldi profil
(') Uzemeltetés

Q Meghibasodés

@ Szoba

EF626na

10.6.2 Szoba
Attekintés
Az almend a kdvetkezd elemeket tartalmazza:
© G [1] Szoba
%;b Célhémérséklet képernyéje
= F6 z6na [1.1] Program
s [1.2] Flités program
[1.3] HGités program
[1.4] Fagymentesités
[1.5] HOm. tart. bedllitas
[1.6] Szobai érzékeld eltolasa
[1.7] Szobai érzékeld eltolasa
[1.9] Szoba kényelmi célhdmérséklete
Célhomérséklet képernydje
A f6 zona szobahdémérsékletét az [1] Szoba célhémérséklet képernyén tudja
vezeérelni.
Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 134].
Program
Itt adhatja meg, hogy a szoba hémérséklete program szerint legyen-e szabdlyozva
vagy sem.
# Kéd Leiras
[1.1] N/A Program:
= Nem: A szoba hémérsékletét a felhasznald
kdzvetlendl szabalyozza.
= Igen: A szoba hémérsékletét program
szabdlyozza, és a felhasznald mddosithatja.
ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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F(ités program
Minden modell esetében alkalmazhaté.

Adjon meg a szobah&mérséklet flités programjat az [1.2] Fltés program
pontnal.

Ldsd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 139].

Fagymentesités

Az [1.4] Fagymentesités megakadalyozza, hogy tul hideg legyen a szobaban. Ez
a beadllitds akkor alkalmazhatd, ha a [2.9] Vezérlés=Szobatermosztat, de a
kilepé vizhEmérséklet szabdlyozdsa és a kilsé szobatermosztatos szabdlyozas
esetére is rendelkezik funkciokkal. Az utébbi kett6 esetén az Fagymentesités a
helyszini beallitas [2-06]=1 értékre allitdsaval aktivalhato.

Nem garantdlt a szobai fagyvédelem, ha nincs szobatermosztat, amely aktivélja a
hészivattyut. Ez akkor all fent, ha:

= [2.9] Vezérlés=Kiils6 szobatermosztat és [C.2] Térflités/-hlités=Ki,
vagy ha

= [2.9] Vezérlés=Kilépo viz.

A fenti esetekben az Fagymentesités a térfltési vizet csokkentett
célhémérsékletre melegiti, ha a kiltéri h6mérséklet alacsonyabb, mint 4°C.

F6 zona egységvezérlési modja [2.9] Leiras

Kilépd vizhEmérséklet szabdlyozdsa | A szobai fagyvédelem mikodése NEM
([C-07]=0) garantalt.

Kils6 szobatermosztatos szabdlyozas | Annak beallitdsa, hogy a kils6 szobai
([c-07]=1) termo/sztat go,rlwdoskodjon a szobai
fagyvédelemrdl:

= Allitsa be a [C.2] Térfiités/-hlités=Be

beallitast.
Szobatermosztdtos szabalyozds Annak bedllitdsa, hogy a
([C-07]=2) szobatermosztatként hasznalt taviranyitd

gondoskodjon a szobai fagyvédelemrdl:
= Allitsa be a fagymentesitést: [1.4.1]
Aktivalas=Igen.

= Allitsa be a fagymentesités funkcid
hémérsékletét az [1.4.2] Szoba
célhémérséklete pontban.

INFORMACIO

Ha U4 hiba jelentkezik, a szobai fagyvédelem mikodése NEM garantalt.

MEGJEGYZES
Ha a helyiség Fagymentesités beallitasa aktiv, és U4 hiba lép fel, akkor a készllék

automatikusan elinditja az Fagymentesités funkciot a kiegészité flitéelemen
keresztil. Ha U4 hiba esetén a kiegészité flitGelem hasznalata a szobai
fagyvédelemhez nem engedélyezett, akkor a helyiség Fagymentesités bedllitdsat
le KELL tiltani.

i @
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MEGJEGYZES
Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem miikodése — ha engedélyezve van — akkor

is aktivaléddhat, ha KIKAPCSOLIA a térf(itési/h(itési tizemmadot ([C.2]: Uzemeltetés
> Térfltés/-hlités). A kiléps vizhEmérséklet szabalyozdsa és a kilsé
szobatermosztatos szabalyozas esetén azonban a védelem NEM biztositott.

A szobai fagyvédelemre vonatkozd, a megfelel6 egység vezérlési modszerével
kapcsolatos részletes informaciokért 1asd az aldbbi szakaszokat.

Kilépd vizhomérséklet szabalyozasa ([C-07]=0)

A kilép6 vizhEmérséklet szabdlyozasa esetén a szobai fagyvédelem mikodése NEM
garantalt. Azonban ha a szobai fagyvédelem [1.4] aktivdlva van, az egység
korlatozott fagyvédelmet képes biztositani:

Ha... Akkor...

A Térfltés/-hilités Kl van kapcsolva, | Az egység kilépd vizet szolgdltat a szoba
és a kilsé kornyezeti h6mérséklet 4°C | h6kibocsatoi szamdra a szoba Ujbdli

ala esik felf(itése céljabdl, és a kilépd viz
célhémérséklete csokken.

ATérflités/-hltés BE van Az egység kilépd vizet szolgdltat a
kapcsolva, és az Gzemmaod "fités" hékibocsatdk szamara a szoba normal

logika szerinti felf(itése céljabdl.

Kiils6 szobatermosztatos szabalyozas ([C-07]=1)

Klls§ szobatermosztdtos szabalyozds esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé
szobatermosztat garantalja, amennyiben a:

= [C.2] Térfités/-hiltés=Be, és
= [9.5.1] Vésziizem=Automatikus vagy auto. TH normalis/HMV ki.

Azonban ha az [1.4.1] Fagymentesités aktivalva van, az egység korldtozott
fagyvédelmet képes biztositani.

Egy kilépd vizhEmérsékleti zona esetén:
Ha... Akkor...

A Térflités/-hilités Kl van kapcsolva, | Az egység kilépd vizet szolgdltat a szoba
és a kilsé kornyezeti h6mérséklet 4°C | h6kibocsatdi szamdra a szoba Ujbdli

ala esik felf(itése céljabdl, és a kilépd viz
célhémérséklete csokken.

ATérflités/-hltés BE van Az egység kilépd vizet szolgdltat a szoba
kapcsolva, a kilsé szobatermosztat hékibocsatdi szdmara a szoba Ujbali
allapota "Termosztat KI", és a kiltéri felflitése céljabdl, és a kilépd viz
hémérséklet 4°C ald esik célhémérséklete csokken.
ATérfltés/-hltés BE van A szobai fagyvédelmet a rendszer a

kapcsolva, és a kiils6 szobatermosztat | normal logika alapjan biztositja.
allapota "Termosztat BE"

Két kilép& vizhémérsékleti zona esetén:

Ha... Akkor...

A Térfltés/-hilités Kl van kapcsolva, | Az egység kilépd vizet szolgdltat a szoba
és a kils6 kornyezeti hémérséklet 4°C | h6kibocsatdi szamara a szoba ujboli

ala esik felflitése céljabadl, és a kilépd viz
célhémérséklete csokken.
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Ha... Akkor...

ATérfilités/-hilités BE van Az egység kilépd vizet szolgdltat a szoba
kapcsolva, a kilsd szobatermosztat hékibocsatdi szdmara a szoba Ujboli
allapota "Termosztat KI", az Gzemmod | felf(itése céljabdl, és a kilépd viz
"fités", és a kultéri h6mérséklet 4°C alad | célhémérséklete csokken.

esik

ATérfltés/-hiités BE van
kapcsolva, és az izemmad "h(tés"

Nincs szobai fagyvédelem.

Szobatermosztatos szabdlyozas ([C-07]=2)

Szobatermosztatos szabdlyozas esetén a szobai fagyvédelem [2-06] mindenképpen
mdakodik, ha aktivdlva van. Ha igy van, és a szobah&mérséklet a szoba
fagymentesitési hémérséklete ([2-05]) ala esik, az egység kilépd vizet szolgéltat a
szoba hékibocsatoi szamara a szoba Ujbdli felflitése céljabal.

# Kod Leiras
[1.4.1] [2-06] Aktivalas:
= 0 Nem: A fagymentesités funkcid Kl van
kapcsolva.
=1 Igen: A fagymentesités funkcié be van
kapcsolva.
[1.4.2] [2-05] Szoba célhémérséklete:
= 4°C~16°C
INFORMACIO

i @

Ha a szobatermosztatként haszndlt felhasznaldi felulet levalasztodik (nem megfeleld
huzalozds vagy kabelsérilés miatt), a szobai fagyvédelem m(ikodése NEM garantalt.

MEGJEGYZES
Ha az Vésziizem beallitasa Kézi ([9.5.1]=0), és az egység szikséghelyzeti lizemet

inditana, az egység leall, és manualisan Ujra kell inditani a taviranyitérol. A mkodés
manudlis helyredllitdsahoz Iépjen a Meghibdasodas fémenu képernyjére, majd
hagyja jéva a szlkséghelyzeti izemet.

A szobai fagyvédelem akkor is aktiv marad, ha a felhasznalé nem erGsiti meg a
sziikséghelyzeti Gzemet.

HGAm. tart. beallitas

CSAK szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté. A szoba tulfdtésének
megakaddlyozdsa dltali energiamegtakaritds érdekében  korldtozhatja a
szobah&mérséklet flitési tartomanyat.

MEGJEGYZES
A szoba hémérsékleti tartomdnyainak szabdlyozasa esetén az Osszes kivant

szobah6meérséklet szabalyozdsa is megtorténik annak biztositasa érdekében, hogy
azok a korlatok kozott legyenek.

# Kéd Leirds
[1.5.1] [3-07] Flitési minimum
[1.5.2] [3-06] Flitési maximum
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
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Szobai érzékel6 eltolasa

Kizarolag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté.

A (kdls6) szobahémérséklet-érzékeld kalibraldsakor eltolas adhatd hozza a
szobah&mérséklet-érzékelének a szobatermosztatként haszndlt taviranyitd vagy a
kilsé szobai érzékel§ altal mért értékéhez. Ezt a bedllitdst olyan helyzetekben
érdemes hasznalni, amikor a szobatermosztatként hasznalt felhasznaloi felllet vagy
a kuls6 érzékeld nem szerelhetd olyan helyre, amely idedlis lenne a szamara.

Lasd: "6.6 Kllsé hémérséklet-érzékeld beallitasa" [» 45]).

# Kod Leirds
[1.6] [2-0A] Szobai érzékel6 eltolasa
(szobatermosztatként hasznalt felhasznaldi
felllet): A szobatermosztatként hasznalt

felhasznaldi felllet altal mért tényleges
szobahémérséklet eltoldsa.

= —5°C~5°C, 0,5°C-0s |épésekben

[1.7] [2-09] Szobai érzékeld eltoldasa (opcionalis
kilsG szobai érzékeld): Csak beszerelt és beallitott
opcionalis kilsd szobai érzékeld esetén
alkalmazhaté.

= —5°C~5°C, 0,5°C-0s |épésekben

Szoba kényelmi célh6mérséklete

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha:

= az okoshaldzat engedélyezve van ([9.8.4]=0koshalodzat), és
= a szobapufferelés engedélyezve van ([9.8.7]=Igen)

Ha a szobapufferelés engedélyezve van, a fotovoltaikus panelekrél szarmazé plusz
energia pufferelése a HMV-tartdlyban és a térf(itési/-h(itési korben torténik (vagyis
felmelegiti, illetve leh(ti a szobat). A szoba kényelmi célhémérsékleteivel (hlités/
flités) modosithatja azokat a maximalis/minimalis célhémérsékleteket, amelyeket a
rendszer akkor hasznal, amikor a plusz energiat a térf(itési korben puffereli.

# Kéd Leiras
[1.9.1] [9-0A] Fltés kényelmi célhomérséklete
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Hités kényelmi célhbmérséklete
= [3-09]~[3-08]°C

10.6.3 F6 z6na
Attekintés

Az almeni a kdvetkezb elemeket tartalmazza:
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2

L Meghibasodas [2] F6 Zéna
@Szoba o S i i i »
Brswsna Célhémeérséklet képernydje
[T Kiegészits zona [21] Pr‘ogr‘am
% Terfiités/-hités

[2.2] Fiités program

[2.3] Hlités program

[2.4] Cé1h6m.mod

[2.5] Fitési IF gorbe

[2.6] Hitési IF gorbe
[2.7]H61eadd tipusa

[2.8] HOm. tart. bedllitas
[2.9] Vezérlés

[2.A] Kils6 termosztat tipusa
[2.B] Homérséklet-kiilonbség
[2.C] Szabalyozas

[2.D] Lekapcsoldszelep

[2.E] IF gorbe tipusa

Célhémérséklet képernydje

A f6 zéna kilép6 vizhémérsékletét a [2] F6 zdna célhémérséklet képernyén tudja
vezérelni.

Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 134].

Program

Jelezze, ha a kivant kilépd vizhémérséklet meghatarozdsa a programozds szerint
torténik vagy nem.

A kilép6 viz célhémérséklet modja [2.4] erre a kovetkezd hatdssal van:

= A Rogzitett kilépd viz célhémérséklet mdédban a programozott miveletek
el6re beallitott vagy egyéni kivant kilép& vizhémérsékletekbdl alinak.

= Az Id6jarasfiggd kiléps viz célhémérséklet mddban a programozott
miveletek el6re beadllitott vagy egyéni kivant korrekcids mveletekbdl allnak.

# Kod Leiras
[2.1] N/A Program:
= 0: Nem
= 1:Igen

Flités program

Adjon meg egy fltési hémérséklet programot a f6 zéna szamara a [2.2] Flités
program beallitason keresztll.

Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 139].

Célhém.mod

Hatdrozza meg a célhémérsékleti mddot:

= Rogzitett: a kivant kilépd vizhEmérsékletet nem flgg a kils§ kornyezeti
hémérséklettdl.

SzerelGi referencia-Utmutato
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= IF fltés, rogzitett hités mddban a kivant kilépd vizhEmérsékletet:
- flités esetén a kils6 kornyezeti h6mérséklettdl figg
- htés esetén NEM flgg a kilsé kornyezeti hémérséklettdl

= Id6jarasfliggd modban a kivant kiléps vizhémérsékletet a kilsé kornyezeti
hémérséklettdl flgg.

# Kod Leiras
[2.4] N/A Célhom.mdd:
= Rogzitett

= IF flités, rogzitett hiités
= Id6jarasflggd

Az idGjarasfiggd Uzemeltetés aktivdldsakor az alacsonyabb kiltéri hémérséklet
melegebb vizet eredményez, és forditva. |d6jarasfliiggd izemmaoddban a felhasznald
korrigdlhatja a viz célhémérsékletét felfelé vagy lefelé, legfeljebb 10°C-kal.

Flitési IF gorbe

A {6 zona idGjarasfliggd flitésének beallitasa (ha [2.4]=1 vagy 2):

ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E | 4 DAIKIN
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# Kod Leiras
[2.5] [1-00] Id6jarasfliggd fltés bedllitasa:
[1-01] Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
[1-02] 2 modszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos

gorbe" [» 146] és "10.5.3 Gorbeeltoldsos
gorbe" [» 147]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az alabbi
abran lathaté maédon.

Tt 4

[1-03]

[1-02]

[1-03]

3

[1-00] [1-01] Ta

= T,: Cél kilép& vizhEmérséklet (f6 zona)

= T,: KGltéri hémérséklet

= [1-00]: Alacsony kilsé kornyezeti hémérséklet.
—40°C~+5°C

= [1-01]: Magas kuls6 kornyezeti hémérséklet.
10°C~25°C

= [1-02]: A kivant kilépd vizhGmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti

hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenl6.
[9-01]°C~[9-00]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie az [1-03] értéknél, hiszen
alacsonyabb kiltéri hémérsékleten melegebb
vizre van szikség.

= [1-03]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a
kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenlé.
[9-01]°C~min. (45, [9-00])°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie az [1-02] értéknél,
hiszen magasabb kiltéri hémérsékleten nincs
szUkség olyan meleg vizre.

Héleadd tipusa

A f6 zona felmelegitése tobb id6t vehet igénybe. Ez a kdvetkez6ktdl flgg:

= A rendszer vizmennyiségétdl

= Af6 zéna hékibocsatdjanak tipusatol

Az H6leadd tipusa beallitds kompenzalhatja a lassu vagy gyors f(itési/hitési
rendszert a felmelegitési/leh(itési ciklus alatt. A szobatermosztatos szabalyozaskor
az H6leaddé tipusa befolyasolja a kivant kilép& vizhEmérséklet maximalis

szabalyozasat, illetve a beltéri kilsé hémérséklet alapjan torténd automatikus
fltés/h(ités atallas hasznalatat.

Az H6leadd tipusa bedllitast fontos pontosan és a rendszer elrendezésének
megfelel6en bedllitani. A f6 zéndra vonatkozd cél hémérséklet-kilonbség ettdl
fugg.
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A cél hémérséklet-kilonbség szabalyozasa csak akkor lehetséges, ha csak 1 zona
aktiv. A szivattyuvezérlés eltérd, ha mindkét zéna aktiv.

# Kod

Leiras

[2.7] [2-0C]

H6leadé tipusa:
= 0: Padléfiités

= 2: Radiator

= 1: Klimakonvektor

Az H6leadd tipusa bedllitds befolyasolja a térflités célhGmérséklet-tartomanyat
és a fltés cél hémérséklet-kulonbségét az alabbiak szerint:

Holeadé tipusaFé
zéna

Térflités célhomérséklet-
tartomanya [9-01]~[9-00]

Flités cél hdmérséklet-
kiillonbsége [1-0B]

0: Padlofiités

Maximum 55°C

Valtozo (lasd: [2.B.1])

1: Kl1imakonvektor

Maximum 55°C

Valtozd (lasd: [2.B.1])

2:Radiator

Maximum 65°C

Rogzitett 10°C

®

MEGJEGYZES

Térf(ités esetén a maximalis célhémérséklet a kibocsatod tipusatdl flgg, amint a fenti
tablan lathatd. 2 vizhémérsékleti zona esetén a maximalis célhémérséklet a 2 zéna
kozil a magasabbik.

®

MEGJEGYZES

Ha NEM a kovetkez6 mddon allitja be a rendszert, az a hékibocsatok karosodasat
okozhatja. 2 zéna megléte esetén fontos, hogy:

® a legalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezd zona legyen beallitva f6 zonaként,
és

® alegmagasabb vizhémérséklettel rendelkezé zona pedig a kiegészit6 zonaként.

MEGJEGYZES

Ha a 2 zonas konfiguracioban a kibocsatok tipusa rosszul van bedllitva, a rendszer
magas homérsékletl vizet vezethet az alacsony hdémérsékletl kibocsatora
(padlofiités). Ennek elkerllése érdekében:

= Szerelijen be egy vizh6temporald/termosztatikus szelepet, hogy elkerilhetd
legyen, hogy az alacsony hémérsékletli kibocsatd tul magas hémérsékletnek
legyen kitéve.

* Bizonyosodjon meg rola, hogy a f6 zona [2.7] és a kiegészit§ zdéna [3.7]
kibocsatotipusat a beszerelt kibocsatonak megfeleléen allitja be.
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MEGJEGYZES
Atlagos hdkibocsaté-hémérséklet = kilépS vizhémérséklet — (hémérséklet-

kilonbség)/2

Ez azt jelenti, hogy egyez6 kilépbviz-célh6mérséklet esetén a radidtorok atlagos
hékibocsato-hémeérséklete a nagyobb hémérséklet-kilonbség miatt alacsonyabb,
mint a padléfiitésé.

Példa — radiatorok: 40-10/2=35°C
Példa — padlofités: 40-5/2=37,5°C
Ezt a kovetkez6képpen kompenzalhatja:
= Novelheti az id6jarasfligg6 gorbe kivant hémérsékleteit [2.5].

" Engedélyezheti a kilép& vizhGmérséklet szabdlyozdsat, és névelheti a szabalyozas
maximalis mértékét [2.C].

H6m. tart. beallitas

A f6 kilépd vizhémérsékleti zéna kilép6 vizhEmérsékletének tartomanyat
korldtozhatja. A bedllitds célja, hogy megakaddlyozza a helytelen (vagyis tul magas
vagy alacsony) kilép6 vizhémérsékletet. Ezért az elérhetd kivant fltési
hémérséklet-tartomanyok konfiguralhatok.

MEGJEGYZES
Padloflitéses rendszer esetében fontos a kimend viz maximalis hémérsékletének a

korlatozasa flitésnél, hiszen erre a padloflitési rendszer paraméterei alapjan sziikség
lehet.

INFORMACIO

Csak EHVZ esetében: Ha a beltéri egység nagy hémérséklet(i kibocsatorendszerhez
csatlakozik, és egyidejli igény jelentkezik mindkét kibocsatdzéndban, valamint ha a
magas kibocsatérendszerben a kilépd viz bedllitott h6mérséklete 60°C-nal magasabb
a teljes mlkodési tartomanyban, el6fordulhat, hogy magasabb lesz az dramfelvétel.

MEGJEGYZES
= A kilépd viz hémérséklet-tartomanyainak szabdlyozasa esetén az 6sszes kivant

kilep& vizhémérséklet szabalyozasa is megtorténik annak biztositasa érdekében,
hogy azok a korlatok kozott legyenek.

i @

* Mindig hozza egyensulyba a kivant kilép6 vizhémérsékletet a kivant
szobah6mérséklettel és/vagy a teljesitménnyel (a kialakitds és a vaélasztott
hékibocsatok fuggvényében). A kivant kilépd vizhGmérséklet szamos beallitas
eredménye (el6re bedllitott értékek, korrekcids gorbék, idGjarasfiggs gorbék,
szabalyozads). Ennek eredményeként tul magas vagy tul alacsony kilépd
vizhémérsékletek jelentkezhetnek, amely magas hdémérséklethez vagy
teljesitménycsokkenéshez vezethet. A kilépd viz hémérséklet-tartomanyanak
megfelel6 szintre torténd korlatozasaval (a hékibocsatotol figgéen) elkertlhetéek
a hasonld helyzetek.

Példa: Fltési modban a kilépd vizhEmérsékleteknek kell6 mértékben magasabbnak
KELL lennitk a szobahémérsékleteknél. Allitsa be a minimalis kilépd
vizh6mérsékletet 28°C értékre annak elkerilése érdekében, hogy nehogy ne tudja
felflteni a szobat.
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# | Kéd | Leirds

A f6 kilép6 vizhémérsékleti zéna kiléps vizhEmérsékleti tartomanya (= az a kilépd
vizhémérsékleti zona, ahol flités kozben a legalacsonyabb a kilépd viz
hémérséklete)

[2.8.1] [9-01] Flitési minimum:

= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Flitési maximum:

= [2-0C]=2 (kibocsatdétipus f6 zonaja = radiator)
37°C~65°C

= Egyébként: 37°C~55°C

Vezérlés

Hatdrozza meg, hogyan szabalyozhatd az egység mikodése.

Vezérlé Ebben a vezérlésben...
Kilépd viz Az egység miikodésének meghatdrozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges
szobahdmérséklettdl és/vagy a szoba flitési igényétdl
flggetlendl.

Kiilso Az egység miikodését a kilsé termosztat vagy egy azzal
szobatermosztat egyenrangu elem (példaul hészivattyu konvektor)
hatarozza meg.

Szobatermosztat Az egység miikodésének szabdlyozasa a

szobatermosztatként hasznalt felhasznaldi felllet
kornyezetének hémérséklete alapjan torténik.

# Kod Leiras
[2.9] [C-07] = 0:Kiléps viz

= 1: Kiils6 szobatermosztat

= 2:Szobatermosztat

Kiils6 termosztat tipusa

Csak kils6 szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato.

Az egység a kovetkezd kombinaciokkal irdnyithaté ([C-07]=0 esetén nem
alkalmazhatd):

= [C-07]=2 (Szobatermosztat)

| pr————
Ho
*la e

S—

- W

a A beltéri egység taviranyitdja
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b Dedikdlt kényelmi felhaszndldi felllet (szobatermosztatként haszndlt BRC1IHHDA) a
f6 zénaban
¢ Kuls6 szobatermosztat a kiegészit6 zonaban

= [C-07]=1 (Kiils6 szobatermosztat)

- ¥ §¥

a Abeltéri egység taviranyitdja
b Kils6 szobatermosztat a f6 zénanal
¢ Kuls6 szobatermosztat a kiegészit6 zonaban

MEGJEGYZES
Kuls6 szobatermosztat hasznalata esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé

szobatermosztat szabalyozza. A szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges,
haa [C.2] Térfiltés/-hlités=Be.

t# Kod Leiras

[2.A] [C-05] Kuls6 szobatermosztat tipusa a f6 zénaban:

= 1: 1 csatlakozd: A hasznalatban lévé kilsé
szobatermosztat csak flités BE/KI feltételt tud
kialdeni. Nincs elvalasztva a flitési és a h(itési
igény. A szobatermosztdt csak 1 digitalis
bemenetre van csatlakoztatva (X2M/35).

A hészivattyu konvektorhoz torténd csatlakozas
esetén valassza ezt az értéket (FWXV).

= 2: 2 csatlakozo: A hasznalatban 1évé kilsé
szobatermosztat kilon fltési/hdtési flités BE/KI
feltételt tud kaldeni. A szobatermosztat 2
digitalis bemenetre van csatlakoztatva (X2M/35
és X2M/34).

A tObbzdénds vezetékes vezérl6khoz (lasd:
"5.2.2 A beltéri egységhez elérheté egyéb
opciok” [» 28]), vezetékes
szobatermosztatokhoz (EKRTWA) vagy vezeték
nélkuli szobatermosztatokhoz (EKRTR1) torténd
csatlakozas esetén vdlassza ezt az értéket

Kilép6 vizhomérséklet: Homérséklet-kiilonbség

A f6 zdéna f(tésénél a cél hémérséklet-kilonbség a f6 zdéna kivalasztott
kibocsatotipusatél fligg. Fltési modban a hémérséklet-kilonbség a kiléps és a
belépd viz kdzotti hémérséklet-kulonbséget jelzi.

Az egység tdmogatja a padldéflitéses lzemet. Az ajanlott kilépd vizhémérséklet a
padlofltés csoveinek esetében 35°C. llyen esetben az egység 5°C-os hémérséklet-
kilonbséget allit be, ami azt jelenti, hogy az egység belépd vizhEmérséklete
korulbeltl 30°C.

A felszerelt hékibocsatd tipusatdl (radiatorok, hdszivattyu-konvektor, padlofiités),
illetve az elhelyezéstél figgden moddosithatja a belépd és kiléps vizhémérséklet
kdlonbségét.
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Megjegyzés: A szivattyu szabdlyozza az dramldst annak érdekében, hogy megtartsa
a hémérséklet-kilonbséget. Bizonyos egyedi esetekben a mért hémérséklet-
kildnbség eltérhet a megadott értéktdl.

INFORMACIO

@

l Ha a kiegészitd flitéelem aktivan f(it, a hémérséklet-kilonbség a kiegészits flitGelem
rogzitett kapacitasa alapjan lesz szabalyozva. Ez a hémérséklet-kiilonbség eltérhet
a kivalasztott cél hémérséklet-kiilonbségtol.

INFORMACIO

Fltés esetén a cél hémérséklet-kuldnbség a kilépd viz célhémérséklete és a belépd
hémeérséklet kozott az inditaskor fennallé nagymértékl eltérés miatt csak bizonyos
Uzemidd elteltével, a célhnémeérséklet elérésekor all be.

i @

INFORMACIO

Ha a f6 zonanak vagy a kiegészité zénanak flitésigénye van, és a zéna fel van szerelve
radiatorokkal, akkor az egység altal a flitéshez hasznalt cél hémérséklet-kilonbség
rogzitetten 10°C lesz.

i @

Ha a zénak nincsenek radiatorokkal felszerelve, akkor flités esetében az egység a
kiegészitd zona cél hémérséklet-kilonbségének ad elsébbséget, ha a kiegészité
zonanak van flitésigénye.

# Kod Leiras
[2.B.1] [1-0B] Flitési homérséklet-kiilonbség: Sziikséges
egy minimalis h6mérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfeleld mikodéséhez fltési
modban.
= Ha [2-0C]=2, ez rogzitetten 10°C

= Egyébként: 3°C~10°C

Kilép6 vizhdmérséklet: Szabalyozas
Kizdrolag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté.

A szobatermosztat funkcié haszndlata esetén a felhasznalénak meg kell adnia a
kivant szobahdmérsékletet. Az egység meleg vizet szolgaltat a hdékibocsatok
szamara, és azok felf(itik a szobat.

Tovabba a kivant kilépd vizhEmérsékletet is konfiguralni kell: ha a Szabalyozas
engedélyezve van, az egység automatikusan kiszamitja a kivant kilépd
vizh6mérsékletet. Ezek a szamitasok az alabbi tényez6ktdél figgenek:

= az el6re bedllitott hémérséklettdl, vagy

= a kivant idGjarasfiggé hdémérséklettél (ha az idGjarasfiggd szabalyozas
engedélyezve van)

Tovabbad, ha a Szabalyozas engedélyezve van, a rendszer noveli vagy csokkenti a

kivant kilépd vizhémérsékletet a kivant szobahémérséklet, valamint a tényleges és

a kivant szobah&mérséklet kilonbségének fliggvényében. Ennek eredménye a

kovetkezé:

= a kivant h&mérsékleteknek pontosan megfelel§ allandd szobah&mérséklet
(magas kényelmi fok)

= kevesebb be/ki ciklus (csendesebb miikodés, nagyobb kényelem és hatékonysag)

= a vizh6mérséklet a leheté legalacsonyabb, amely még megfelel a kivant
hémérsékletnek (nagyobb hatékonysag)
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Ha a Szabalyozas le van tiltva, a kilépd vizh6mérsékletet a [2] F6 z6na
képernydn allitsa be.

# Kod Leiras

[2.C.1] [8-05] Szabalyozas:
= 0 Nem (letiltva)
= 1 Igen (engedélyezve)

Megjegyzés: A kivant kilép6 vizhémérsékletet
kizarélag a felhaszndléi  fellleten lehet
leolvasni.

[2.C.2] [8-06] Max. szabdlyozas:

= 0°C~10°C

Ez az a hémérsékletérték, amellyel a kivant kiléps
vizhémérséklet ndvelve vagy csdkkentve lesz.

INFORMACIO

Amikor a kilépd vizhémérséklet szabdlyozasa engedélyezve van, az id&jarasfiggé
gorbét magasabb helyzetbe kell allitani, mint a [8-06] beallitds, tovabba a kilépd
vizhémérséklet minimalis célhémérsékletének el kell érnie egy stabil allapotot a
szoba kényelmi célhémérsékletén. A hatékonysag novelése érdekében a szabalyozas
csokkentheti a kilépd viz célhémérsékletét. Az id6jarasfliggé gorbe a magasabb
helyzetbe allitdsaval nem csokkenhet a minimalis célh6mérséklet ala. Lasd az alabbi
abrat.

i @

Tt

+[8-06] N
-[8-06] N

a |d6jarasfiggs gorbe
b Akilépd vizhEmérséklet minimalis célhémérséklete el kell érjen egy stabil allapotot
a szoba kényelmi célhémérsékletén.

Lekapcsoldszelep

A kovetkez6 csak 2 kilépd vizhEmérsékleti zona esetén alkalmazhatd. 1 kilépd
vizh6mérsékleti zéna esetén csatlakoztassa az elzardszelepet a filtési/hiitési
kimenethez.

A f6 kilép6 vizh6mérsékleti zéna lekapcsoldszelepe az aldbbi kordlmények kozott
zarhat le:

INFORMACIO

[ ]
l Jégmentesitési Gizem alatt az elzarészelep MINDIG nyitva van.

Flités kozben: Ha az [F-OB] engedélyezve van, a szelep akkor zar le, ha a f6

zéndaban nincs fltési igény. Engedélyezze ezt a bedllitdst annak érdekében, hogy:

= elkerdilje a kilép6 viz szolgdltatdsat a f6 kilépd vizhEmérsékleti zona hékibocsatoi
szamara (a kever@szelep-egységen keresztll), amikor a kiegészité kilépé
vizhémérsékleti zona kild kérést.

= CSAK igény esetén aktivalhassa a keverészelep-egység BE/KI szivattyujat.
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# Kod Leiras
[2.D.1] [F-0B] A lekapcsoldszelep:
= 0 Nem: a f(itési igény NEM befolydsolja.

= 1 Igen: f(itési igény HIANYA esetén bezar.

INFORMACIO

Az [F-OB] beadllitas csak akkor érvényes, ha van termosztdt vagy kilsé
szobatermosztat kérési beallitas (kilépd vizhEmérséklet bedllitdsa esetén NEM).

i @

IF gérbe tipusa

Az id6jarasfliggd gorbe a 2 pont mddszerrel vagy a Gorbeeltolas maodszerrel
hatarozhatd meg.

Lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 146] és "10.5.3 gorbeeltoldsos gorbe" [» 147].
# Kéd Leiras

[2.E] N/A = 2 pont

= Gorbeeltolas

10.6.4 Kiegészit6 zéna
Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

3
(i Szoba
[=Fé26na

[]]]' Kiegészitd zéna

[3] Kiegészitd zodna

Célhémérséklet képernydje

Kk Térfiités/-hiités

[ Tartaly

Program

Fltés program

(3.1]

(3.2]

[3.3] Hiités program

[3.4] Cé1h6ém.mod

[3.5] Fitési IF gorbe

[3.6] Hitési IF gorbe
[3.7]H61eadd tipusa

[3.8]HOm. tart. bedllitas

[3.9] Vezérlés

[3.A] Kiils6 termosztat tipusa
[3.B] Homérséklet-kilonbség

[

3.C] IF gorbe tipusa

Célhémérséklet képernydje

A kiegészit§ zdéna kilépd vizhEmérsékletét a [3] Kiegészitd z6na
célhémérséklet képernydn tudja vezérelni.

Lasd: "10.3.5 Célhémérséklet képernydje" [» 134].
Program

Azt jelzi, ha a kivant kilép6 vizhémérsékletet egy program hatdrozza meg.
Lasd: "10.6.3 F6 zéna" [» 155].

Szerel6i referencia-Utmutato
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Kod

Leiras

(3.1]

N/A

Program:

= Nem

= Igen

Fités program

Adjon meg flitési h6mérséklet programot a kiegészit§ zona szdmara a [3.2] Flités

program beallitdson keresztul.

Ldsd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 139].

Célhé6m.mod

A kiegészit6 zona célhémérséklet moédja a f6 zéna célhémérséklet madjatol
fuggetlentl allithatd be.

Lasd: "Célhém.méd" [» 156].

#

Kod

Leiras

(3.4]

N/A

Célhém.modd:
= Rogzitett
= IF flités, rogzitett hiités

= Id6jarasflggd

Flitési IF gorbe

A kiegészit6 zona idGjarasfuggd flitésének beallitasa (ha [3.4]=1 vagy 2):

SzerelGi referencia-Utmutato

166

P DAIKIN

ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05



10 | Konfigurélas

# Kéd Leiras
[3.5] [0-00] Id6jarasfliggd fltés bedllitasa:
[0-01] Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
[0-02] 2 modszer van. Lasd: "10.5.2 2 pontos

gorbe" [» 146] és "10.5.3 Gorbeeltoldsos
gorbe" [» 147]. Mindkét gbrbetipus esetében 4
helyszini beallitast kell konfiguralni az alabbi
abran lathaté maédon.

T A

[0-03]

[0-01]

[0-00]

3
>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Cél kilép& vizhémérséklet (kiegészitd zona)

= T,: KGltéri hémérséklet

= [0-03]: Alacsony kilsé kornyezeti hémérséklet.
—40°C~+5°C

= [0-02]: Magas kuls6 kornyezeti hémérséklet.
10°C~25°C

= [0-01]: A kivant kilépd vizhEmérséklet, ha a
kiltéri hémérséklet az alacsony kornyezeti

hémérséklet ald csokken vagy azzal egyenl6.
[9-05]°C~[9-06]°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek magasabbnak
kell lennie a [0-00] értéknél, hiszen alacsonyabb
kiltéri hémérsékleten melegebb vizre van
szlkség.

= [0-00]: A kivant kilépd vizhGmérséklet, ha a
kiltéri  hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal egyenlé.
[9-05]~min. (45, [9-06])°C

Megjegyzés: Ennek az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie a [0-01] értéknél,
hiszen magasabb kiltéri hémérsékleten nincs
szUkség olyan meleg vizre.

Héleadé tipusa

A H6leadd  tipusa bedllitassal kapcsolatos tovabbi informacidkért, lasd:
"10.6.3 F6 z6na" [» 155].

# Kéd Leiras
(3.7] [2-0D] H6leadd tipusa:
= 0: Padlofités
= 1: K1imakonvektor

= 2: Radiator

A kibocsatd tipusdnak bedllitdsa befolydsolja a térfltés célhémérséklet-
tartomadnyat és a fltés cél hémérséklet-kilonbségét az aldbbiak szerint:
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H6leadé tipusa
Kiegészitdé zona

Térflités célhémérséklet-
tartomanya [9-05]~[9-06]

Fiités cél hdmérséklet-
kiilonbsége [1-0C]

0: Padlofiités

Maximum 55°C

Valtozo (lasd [3.B.1])

1: Klimakonvektor

Maximum 55°C

Valtozd (lasd [3.B.1])

2: Radiator

Maximum 65°C

Rogzitett 10°C

HOAm. tart. beallitas

AHOm. tart. bedllitas beadllitdssal kapcsolatos tovabbi informaciokért, 1asd:
"10.6.3 F6 zo6na" [» 155].

# | Kéd |
A tovabbi kilépd vizhEmérsékleti zona kilépd vizhEmérsékleti tartomanya (= az a

kilép& vizhémérsékleti zdna, ahol flités kdzben a legmagasabb a kilép6 viz
hémérséklete)

Leiras

[3.8.1] [9-05] Flitési minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Flitési maximum
= [2-0D]=2 (kibocsatotipus kiegészité zdéndja =
radiator)
37°C~65°C
= Egyébként: 37°C~55°C
Vezérlés

A kiegészit6 zéna vezérlési tipusa csak olvashatd. A f6 zdna vezérl§jének tipusa
hatarozza meg.

Lasd: "10.6.3 F§ zona" [» 155].
# Kod
N/A

Leiras

[3.9] Vezérlés:

= Kilépd viz, haa f6 zéna vezérlGjének tipusa
Kilépd viz.

= Kiils6 szobatermosztat, ha a f6 zdna
vezérléjének tipusa:

- Kils6 szobatermosztat vagy

- Szobatermosztat.

Kiils6 termosztat tipusa
Csak kils8 szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato.
Lasd még: "10.6.3 F§ zona" [» 155].

# Kod
[C-06]

Leiras

[3.A] Kilsé szobatermosztat tipusa a kiegészité

zonaban:
= 1: 1 csatlakozd. Csak 1 digitdlis bemenetre
van csatlakoztatva (X2M/35a)

= 2: 2 csatlakozd. 2 digitdlis bemenetre van
csatlakoztatva (X2M/34a és X2M/35a)

Kilép6 vizhomérséklet: Homérséklet-kiilonbség

Tovabbi informacio: "10.6.3 F6 zéna" [» 155].
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# Kod Leirds
[3.B.1] [1-0C] Flitési homérséklet-kiilonbség: Sziikséges
egy minimalis h6mérséklet-kilonbség a
hékibocsatok megfelel§ mikodéséhez flitési
modban.

= Ha [2-0D]=2, ez rogzitetten 10°C
= Egyébként: 3°C~10°C

IF gorbe tipusa

Az id6jarasfiggd gorbék meghatarozasara 2 modszer alkalmazhato:
= 2 pont (lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 146])

= Gorbeeltolas (lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [» 147])

A [2.E] IF gorbe tipusa terlleten vdlassza ki, melyik mddszert szeretné
alkalmazni.

A [3.C] IF gorbe tipusa terlleten csak olvashatd mddban megjelenik a
kivalasztott médszer (a [2.E] terlleten megadottal megegyez6 érték).

# Kod Leiras
[2.E] /[3.C] N/A = 2 pont
= GOrbeeltolas

10.6.5 Térfltés/térh(ités

INFORMACIO

Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum h(téssel foglalkozd
részei NEM alkalmazhatok.

i @

Attekintés
Az alment a kovetkez§ elemeket tartalmazza:

! [4] Térflités/-hités

EF6 z0na

[[[r Kiegészité zona
;§> Térfiités/-hiités
(35 Tartaly

O Felhasznaléi beallitasok

1] Uzemméd
Uzemméd program

Mikodési tartomany

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4] Z6ndk szama
[4.5] Szivattyu lUzemmdd

[4.6] Géptipus

[4.7] vagy [4.8] Szivattyukorlatozas
[4.9] Tartomanyon kiviuli szivattyu
[4.A] Novelés ©°C korul

[4.B] Tullépés

[4.C] Fagymentesités

A helyiség lizemmddok bemutatasa

Az egysége lehet egy f(it6 vagy f(it6/hiit6 modell is:

= Ha az egység egy flité modell, képes felmelegiteni az adott teret.
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= Ha az egység flit6/h(ité modell, képes felmelegiteni vagy lehiteni egy helyiséget.
Onnek kell meghatdroznia a rendszer szamaéra, hogy melyik Uzemmddot
hasznalja.

Annak meghatarozasa, hogy van-e felszerelve f(it6/h(it6 hészivattyu

1 |Lépjen a [4] pontra: Térfités/-hlités. (@O
2 |Ellendrizze, hogy a [4.1] Uzemmdd szerepel-e a listdban. Ha (@:-O

igen, van felszerelve flit6/h(it6 hészivattyu.

Ha meg szeretné hatarozni, hogy a rendszer melyik helyiség zemmaodot hasznalja,
a kovetkezbket teheti:

Miivelet... Hely

Annak ellenérzése, hogy a rendszer melyik helyiség Kezd6képerny§
Uzemmadot hasznalja éppen.

A helyiség lzemmdd végleges beallitasa. Fémeni

Az automatikus maodvaltas korldtozdsa a havi program
alapjan.

Annak ellendrzése, hogy a rendszer melyik helyiség lizemmaoédot hasznalja éppen
A helyiség lizemmadd a kezd6képernyén lathato:

* Ha az egység fités modban van, a % ikon lathato.

= Ha az egység hiités modban van, a &% ikon lathatd.

Az allapotjelz6 mutatja, hogy az egység éppen lUzemel-e:

= Ha az egység nem lzemel, az allapotjelzé kéken pulzal, korilbelll 5 masodperces
id6kozokkel.

= Ha az egység mikodik, a jelz6lampa folyamatos kék fénnyel vilagit.

A kivant helyiség lizemmod bedllitasa

1 Lépjena [4.1] pontra: Térfiités/-hiités > Uzemmdd @s:-0
2 |Vdlassza a kovetkezd opciok egyikét: QO

= Flités: Csak f(ités tzemmod
= Hités: Csak hiités lzemmaod

= Automatikus: Az Gzemmodd (flités és htés) automatikusan
valtozik a klltéri hémérséklet alapjan. Havi korldtozas a
kévetkezd szerint: Uzemméd program [4.2].

Automatikus bedllitds esetén az egység az Uzemméd program [4.2] pont
alapjan valtoztatja az tzemmaddot. Ebben a programban a végfelhasznalo jelzi, hogy
melyik hdnaphoz melyik Gzemmad van engedélyezve.

Az automatikus maédvaltas program szerinti korlatozasa

Feltételek: A helyiség lzemmaoddot Automatikus értékre kell allitani.

1 |Lépjena[4.2] pontra: Térfiités/-hiités > Uzemmod QO
program.
2 | Valasszon egy hdnapot. @0
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
170 Daikin Altherma 3R F

4P629093-1B —2022.05



10 | Konfigurélas

3 |Minden hénapnal valasszon egy lehetGséget: O QL
= Valtoztathatd: Nincs korlatozva
= Csak fiités: Korlatozott

= Csak hiités: Korlatozott

4 | Er@sitse meg a valtoztatasokat. Qe

Példa: A madvaltas korlatozasai

Mikor Korlatozas

A hideg évszakban. Csak fiités

Példa: Oktdber, november, december, janudr,
februar és marcius.

A meleg évszakban. Csak hiités

Példa: Junius, julius és augusztus.

A kettd kozott. Valtoztathato

Példa: Aprilis, majus és szeptember.

Az egység a kultéri h6mérséklet alapjan hatdrozza meg az izemmddot, ha:
= Uzemméd=Automatikus, és
= Uzemméd program=Valtoztathatd.

Az egység Ugy hatarozza meg az lzemmodot, hogy az mindig az aldbbi mikodési
tartomanyon belll maradjon:

= Térfltés kikapcsoldsi hdmérséklete
= Térhiités kikapcsoldasi hdmérséklete

A kiltéri hémérséklet szamitasa id6atlag alapjan torténik. Ha a kultéri h6mérséklet
csokken, az Gzemmad flitésre valt, és forditva.

Ha a kultéri hémérséklet a Térflités kikapcsolasi hoémérséklete és a
Térhiités kikapcsolasi homérséklete kozé esik, az Gzemmodd nem
valtozik.

Miikodési tartomany

Az atlagos kultéri hémérséklettdl fliggben az egység miikodése térflités kdzben le
van tiltva.

# Kod Leiras

[4.3.1] [4-02] Térfltés kikapcsolasi homérséklete:
Ha az adtlagolt kiltéri hémérséklet ezen érték folé
emelkedik, a térf(ités ki lesz kapcsolva.

= 14°C~35°C

Zonak szama

A rendszer maximum 2 vizhémérsékleti zonanak képes kilépd vizet biztositani. A
konfiguralas soran be kell llitani a vizhémérsékleti zonak szamat.
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# Kéd Leirds
[4.4] [7-02] = 0: Egyetlen zdna

Csak egy kilépd vizhEmérsékleti zona:

Y

a Megkerlés

b F& kilép6 vizhémérsékleti zona
[4.4] [7-02] = 1: Kett6s zodna

Két kiléps vizhEmérsékleti zona:

Y

a Kiegészitd kilépd vizhémérsékleti zona: a
legmagasabb hémérséklet

b F& kilép6 vizhémérsékleti zona: a
legalacsonyabb hémérséklet

MEGJEGYZES
Ha NEM a kovetkez6 mddon allitja be a rendszert, az a hékibocsatok karosodasat

okozhatja. 2 zona megléte esetén fontos, hogy:

= alegalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezé zéna legyen bedllitva f6 zénaként,
és

* alegmagasabb vizh6mérséklettel rendelkez6 zéna pedig a kiegészité zonaként.

MEGJEGYZES
Ha a 2 zonas konfiguracioban a kibocsatok tipusa rosszul van bedllitva, a rendszer

magas hdémérsékletli vizet vezethet az alacsony hémérsékletld kibocsatora
(padlofiités). Ennek elkertlése érdekében:

= Szereljen be egy vizh6temporald/termosztatikus szelepet, hogy elkerilhetd
legyen, hogy az alacsony hémérsékletli kibocsatd tul magas hémérsékletnek
legyen kitéve.

® Bizonyosodjon meg rdla, hogy a f6 zona [2.7] és a kiegészité zona [3.7]
kibocsatotipusat a beszerelt kibocsatonak megfeleléen allitja be.

Szivattyu lizemmad

Ha a térfltés Gzem Kl van kapcsolva, a szivattyd mindig Kl van kapcsolva. Ha a
térflités Gzem BE van kapcsolva, az aldbbi Gzemmoadok kozil valaszthat:
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Kéd

Leiras

(4.5]

[F-0D]

Szivattyu lizemmdd:

= 0 Folyamatos: Folyamatos szivattydmkodés,
fliggetlenll a termosztat BE vagy Kl allapotatdl.
Megjegyzés: A folyamatos szivattyumikodés
tobb energiat igényel, mint a mintavételi vagy a
kérésalapu szivattyamdkodés.

a

b

d
a Térf(tés szabdlyozasa
b Ki
c Be

d Szivattyum(ikodés

[4.5]

[F-0D]

= 1 Mintavételezés: A szivattyd BE van
kapcsolva, amikor fltési igény all fenn, mivel a
kilep& viz hémérséklete még nem érte el a
kivant hémérsékletet. Ha a termosztdt Kl
allapotban van, a szivattyd minden 3. percben
elindul, és rendszer ellendrzi a
vizh6mérsékletet, valamint szlkség esetén
fltést kér. Megjegyzés: A mintavételezés CSAK
a kilépd vizhEmérséklet szabdlyozdsa alatt
érhetd el.

a
b

d e

o 1 ]

a Térfltés szabdlyozasa

b Ki

c Be

d Kilép6 viz h6mérséklete
e Tényleges

f Kivant

g Szivattyumkodés
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# Kod Leiras
[4.5] [F-0D] = 2 Kérés: SzivattyUm(ikodés kérés alapjan.
Példa: Szobatermosztat és termosztat

haszndlata fltés BE/KI feltételt hoz létre.
Megjegyzés: NEM érhet6 el a kilépd
vizhémérséklet szabalyozasa alatt.

\_Q. T

oo

a Térf(ités szabalyozasa
b Ki
cBe

d Fltésiigény (a kilsd szobatermosztattol vagy a
szobatermosztattol)

e Szivattyum(ikodés

Géptipus

A menlnek ebben a részében olvashatd le, hogy milyen tipusy egység van
hasznalatban:

# Kod Leiras
[4.6] [E-02] Géptipus:
= 0Valtoztathaté
= 1Csak fltés

Szivattyukorlatozas

A f6 zéna és a kiegészit6 zona szivattylsebesség-korlatozdsa ([9-OE] és [9-0D])
hatdrozza meg a maximalis szivattylsebességet. Normal feltételek kozott az
alapértelmezett beadllitdst NEM szabad mddositani. A szivattylUsebesség
korldtozasat a rendszer felllirja, ha az aramlasi sebesség a minimalis aramlas
tartomanyaba esik (7H hiba).

A legtobb esetben a [9-OD]/[9-OE] alkalmazdsa helyett hidraulikus
nyomaskiegyenlités végrehajtasaval is kikliszobolhetdk az dramlasi zajok.

# Kéd Leiras
[4.8.1] [9-0E] Szivattyukorlatozas F6 zodna
A lehetséges értékeket lasd alabb.

[4.8.2] [9-0D] Szivattyukorlatozds Kiegészit6é zodna

A lehetséges értékeket 1dsd alabb.

Lehetséges értékek:
Erték Leiras

0 Nincs korlatozas
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Leiras

1~4

Altaldnos korlatozas. Minden korilmények kézott van
korldtozas. A szlkséges delta T szabdlyzas és kényelem NEM
garantalt.

= 1:90%-0s szivattyusebesség
= 2:80%-0s szivattyusebesség
= 3:70%-0s szivattylsebesség

= 4:60%-0s szivattyusebesség

5~8

Korlatozas, ha nincs mikodtets egység. Ha nincs flitési kimenet,
a szivattyUsebesség korldtozasa érvényben van. A f(itési
kimenet esetén a szivattylUsebességet csak a hémérséklet-
kilonbség és a sziikséges teljesitmény viszonya hatarozza meg.
Ezen korldtozasi tartomany esetében a hémeérséklet-kilonbség
lehetséges, és biztositva van a kényelem.

A mintavételezési lzemmaod kdzben a szivattyud rovid ideig
mukodik, hogy megmeérje a viz h6mérsékletét, amelybdl kiderdl,
hogy szikséges-e mUveletet végrehajtani.

= 5:90%-0s szivattylsebesség mintavétel kozben
= 6:80%-0s szivattylsebesség mintavétel kozben
= 7.70%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben
= 8:60%-0s szivattyusebesség mintavétel kozben

A maximalis értékek az egység tipusatol fuggnek:

[9-0D]/[9-0E]=0

[9-0D]/[9-0E]=1/5
a (kPa)

a (kPa)

N

A\

L\

- \
- \
\

[9-0D]/[9-0E]=2/6
a (kPa)

b (/min) b (/min)

[9-0D]/[9-0E]=3/7
a (kPa)

\

S\

\ N\

\

b (min) b (i/min)
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[9-0D]/[9-0E]=4/8
a (kPa)

\

N\

\

a Kuls6 statikus nyomads
b Vizaramlas sebessége

b (/min)

Tartomanyon kiviili szivattyu

Ha a szivattyimdkodés funkcio le van tiltva, a szivattyd akkor all le, ha a kultéri
hémérséklet magasabb a Térfiités kikapcsolasi homérséklete [4-02]
paraméter értékénél. Ha a funkcido engedélyezett, a szivattyd barmilyen kultéri
hémérséklet esetén miikddhet.

# Kéd Leirds
[4.9] [F-00] Szivattyumikodés:

= 0: Letiltva, amennyiben a kiltéri hémérséklet
nagyobb, mint [4-02].

= 1:  Minden kiltéri hémérséklet esetén
lehetséges.

Novelés 0°C koriil

Ezen beadllitds haszndlata az épulet olvadt jég vagy ho parolgasa kovetkeztében
fellépé lehetséges héveszteségének kiegyenlitésére haszndlhatd. (Példaul a hideg
régidk orszagaiban.).

Flités kozben a kivant kilépd vizhémérséklet a helyszinen né 0°C koruli kiltéri
hémérséklet esetén. Ez a kiegyenlités abszolut vagy id6jarasfuggd kivant
hémérséklet hasznalata esetén vélaszthatd (lasd az alabbi abrat).

a Abszolut kivant kilép6 vizhémérséklet
b Idgjarasfuggd kivant kilépd vizhEmérséklet

# Kod Leiras
[4.A] [D-03] Novelés 0°C koril:
= 0: Nem
= 1: novekedés 2°C, tartomany 4°C

2:novekedés 4°C, tartomany 4°C
= 3:novekedés 2°C, tartomany 8°C
4

:novekedés 4°C, tartomany 8°C

Tullépés

Korlatozas: Ez a funkcid csak fités Gzemmaddban mikodik.
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Ez a funkcido meghatdrozza, hogy a vizhémérséklet mennyivel emelkedhet a kivant
kilepé vizhémérséklet folé, miel6tt a kompresszor ledllna. A kompresszor Ujbdl
beindul, amikor a kilépd vizhémérséklet a kivant kilépd vizhdmérséklet ala esik.

# Kod Leiras
[4.B] [9-04] Tullépés:
= 1°C~4°C

Negativ irdnyu eltérés
Korlatozas: Ez a funkcié csak hités Gzemmaddban, a kompresszor inditasa soran
mUkodik. Egyenletes m(ikodés esetén NEM alkalmazhato.

Ez a funkcié meghatdrozza, hogy a vizhémérséklet mennyivel csokkenhet a kivant
kilep6 vizhémérséklet ald, miel6tt a kompresszor ledllna. A kompresszor Ujbdl
beindul, amikor a kilépd vizhémérséklet a kivant kilépd vizhémérséklet folé né.

# Kod Leiras

Nem [9-09] Negativ irdnyu eltérés:
alkalmazhato . 1°C~18°C

Fagymentesités

Az Fagymentesités [1.4] vagy a [4.C] megakaddlyozza, hogy tul hideg legyen a
szobdban. A szobai fagyvédelemmel kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd:
"10.6.2 Szoba" [» 151].

10.6.6 Tartaly
Attekintés
Az alment a kovetkezé elemeket tartalmazza:

° [5] Tartaly

[T Kiegészits zéna

Lk Terfités/-hités

rJ‘ Tartaly

O Felhasznaléi bedllitasok

@ Informacio

Célhémérséklet képernydje

5.1] Er6teljes lzemeltetés
Kényelmi célhémérséklet
Gazdasagos célhomérséklet

Ujramelegités célhémérséklet

5.2]

5.3]

5.4]

5.5] Program
5.6] Felfiités mdd
5.7] Fertotlenités
5.8] Maximum
5.9]Hiszterézis
5.A]Hiszterézis
5.B] Célh6m.méd
5.C] IF gorbe

5.0] Kulonbség

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[5.E] IF gorbe tipusa
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Tartaly célh6mérséklete képernyé

A hasznalati meleg viz hGmérsékletét a célhémérséklet képernyén allithatja be.
Tovabbi informaciok ennek elvégzésével kapcsolatban: "10.3.5 Célhémérséklet
képernydje" [» 134].

ErGteljes lizemeltetés

Az er6teljes Uzemeltetést arra haszndlhatja, hogy azonnal elkezdje felmelegiteni a
vizet az el6re megadott értékre (Kényelmi betdrolds). Ez ugyanakkor plusz energiat
hasznal. Ha az erGteljes Gzemeltetés aktiv, a 9 ikon l4thatd a kezd6képernydn.

Az erételjes lizemeltetés aktivalasa

Az Er6teljes Uzemeltetés a kovetkez6képpen kapcsolhatd be és ki:

1 |Lépjenaz [5.1] pontra: Tartaly > Er6teljes lzemeltetés e

2 | Kapcsolja Ki vagy Be az er6teljes Gizemeltetést. (@O

Hasznalati példa: Azonnal tébb meleg vizre van szlksége
Ha a kdvetkez8 helyzetben van:
= Mar elhasznalta a meleg viz nagy részét.

= Nem tud varni a kovetkezé programozott mUveletig, amely felmelegiti a HMV-
tartalyt.

Ekkor aktivalhatja a HMV er6teljes mikodését.

Elény: A HMV-tartaly azonnal elkezdi felmelegiteni a vizet az el6re megadott
értékre (kényelmi betdrolas).

INFORMACIO

[ J

l A térfitési és teljesitménycsokkenési problémak kockazata jelentésen megnd, ha az
erGteljes Uzemeltetés aktiv. A haszndlati meleg viz gyakori mikodtetése esetén a
térflités gyakran és hosszu id6kre kimaradhat.

Kényelmi célhémérséklet

Kizarélag akkor alkalmazhato, ha a haszndlati meleg viz készitése Csak program
vagy Program + Ujramelegités. A program bedllitdsakor haszndlhatja a
kényelmi célhémérsékletet elére beallitott értékként. Ha késébb moddositand a
betdrolas célhémérsékletet, azt csak egyetlen helyen kell megtennie.

A tartdly addig melegszik, amig el nem éri a kényelmi betarolasi h6mérsékletet. Ez
a magasabb kivant h6mérséklet programozott kényelmi betarolasi mivelet esetén.

Emellett a tarolds ledllitasat is be lehet programozni. Ez a funkcio ledllitja a tartaly
flitését akkor is, ha az a célhémérsékletet még NEM érte el. Csak akkor
programozza be a tdrolds ledllitdsat, ha a tartaly flitése semmiképpen sem
kivéanatos.

# Kaéd Leiras
[5.2] [6-0A] Kényelmi célhémérséklet:
= 30°C~[6-0E]°C

Gazdasagos célhémérséklet

A gazdasagos betarolasi h6mérséklet az alacsonyabb kivant tartdlyhémérsékletet
jeloli. Ez a kivant hémérséklet programozott gazdasagos tarolasi mivelet esetén
(lehetbleg nappal).
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# Kod Leirds
[5.3] [6-0B] Gazdasagos célhomérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Ujramelegités célhémérséklet

A kivant ujramelegitési tartalyh6mérséklet, amely a kovetkez6 esetekben

haszndlatos:

= Program + Ujramelegités moddban, Ujramelegités mddban: a garantdlt
minimdlis tartdlyhémérséklet bedllitdsat a Ujramelegités célhdmérséklet
minusz az Ujramelegitési hiszterézis adja meg. Ha a tartdlyhémérséklet ezen érték
ald csokken, a rendszer felf(iti a tartalyt.

= taroldsi kényelem esetén, a hasznalatimelegviz-készités els6bbségének
biztositasa érdekében. Amikor a tartadlyhémeérséklet ezen érték folé emelkedik, a
hasznalati meleg viz készités és a térflités/-h(ités egymast koveti.

# Kéd Leiras
(5.4] [6-0C] Ujramelegités célhémérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Program

A tartalyhémérséklet programjat a program képernyén allithatja be. A képernyével
kapcsolatos tovabbi informacidkért lasd: "10.4.3 Programozas képernyé:
Példa" [» 139].

Felf(ités moéd

A hasznalati meleg viz 3 kilonb6z6 mddon allithatd el6. Ezek a kivant
tartdlyhémérséklet  bedllitdsanak  modjdban  és  az  egység  kivant
tartalyhémérsékleten torténé mikodésében kilonboznek egymastol.

# Kéd Leiras
[5.6] [6-0D] Felfltés méd:
= 0. Csak Ujramelegités: Csak az
Ujramelegités Gzemmadd engedélyezett.

= 1. Program + Ujramelegités: A
haszndalatimelegviz-tartaly fltése programozas
szerint torténik. A programozott felmelegitési
ciklusok kozott engedélyezett az Ujramelegités
Uzemmod.

= 2: Csak program: A haszndlatimelegviz-
tartdly CSAK programozas szerint f(ithetd.

A tovdbbi részleteket 1asd az Uzemeltetési kézikdnyvben.

FertGtlenités

Csak a hasznalati melegviz-tartallyal ellatott rendszerekre vonatkozik.

A fert6tlenités funkcid a hasznalatimelegviz-tartalyt fert6tleniti azaltal, hogy
idénként felf(ti a hasznalati meleg vizet egy megadott hémérsékletre.

VIGYAZAT
A fertGtlenités funkcio beallitdasait a szerel6nek KELL megadnia a vonatkozo

jogszabalyoknak megfelel6en.
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# Kéd Leiras
[5.7.1] [2-01] Aktivalas:
= 0: Nem
= 1:Igen
[5.7.2] [2-00] Mikodés napja:
= 0: Naponta
= 1: HétfO
= 2:Kedd
= 3:Szerda
= 4: Csutortok
= 5:Péntek
= 6:Szombat
= 7:Vasarnap
[5.7.3] [2-02] Elindulas ideje
[5.7.4] [2-03] Tartdaly célhOmérséklete:
60°C
[5.7.5] [2-04] Idotartam:
40~60 perc
Tomw A
[2-03] [2-04]
1.5 -
TU
0000 01,00 i 2200 23.00 24.00 1
[2-02]
Tonw Haszndlati meleg viz h6mérséklete
T, Felhaszndld altal bedllitott célhémérséklet
T, Magas célhémérséklet [2-03]
t Id6
FIGYELEM

Arra Ggyelni kell, hogy a fertétlenités Gzemmaod utan a kifolyé hasznalati meleg viz
hémérséklete a [2-03] helyszini beallitas értéke szerinti lesz.

Ha a haszndlati meleg viz tul magas h6mérséklete személyi sériilés kockdzatat jelenti,
egy keverdszelepet (nem tartozék) kell a haszndlatimelegviz-tartdly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a keverészelepnek kell biztositania, hogy a
kifolyd meleg viz h6mérséklete soha ne mehessen egy beallitott maximalis érték folé.
A meleg viz megengedett legnagyobb hémérsékletét a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelGen kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg rola, hogy varhatéan NEM jelentkezik majd hasznalatimelegviz-igény
a fert6tlenitési funkcid kezdési idejekor [5.7.3] és meghatarozott idGtartama kozben
[5.7.5].
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MEGJEGYZES
FertGtlenitési lizemmadd. A fert6tlenitési GUzemmodd akkor is aktiv marad, ha

KIKAPCSOLIA a tartdlyfiitési Gzemmddot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha
azonban a fert6tlenités futasa kozben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakaod.

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertStlenités funkcié nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkezdket ajanlott tennie:

i @

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lizemmod
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhaszndlat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerel6i bedllitasoknal allithatja be (fertétlenités funkcid).

= Amikor a Csak program tzemmdd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mlUveletet 3 drdval a fertétlenités funkcid induldsa el6ttre, hogy
el6re felmelegitse a tartalyt.

INFORMACIO

A fert6tlenitési funkcid Ujraindul, ha a hasznalati meleg viz h6mérséklete 5°C-kal a
fertGtlenitési célhémérséklet ala esik a folyamat ideje alatt.

i @

Maximalis HMV-célh6meérséklet

A felhasznaldk altal kivalaszthatd maximalis hasznalati meleg viz h6mérséklet. Ezt a
bedllitdst a melegvizcsapok hémérsékletének korlatozasara haszndlhatja.

INFORMACIO

°
l A hasznalatimelegviz-tartaly fertétlenitése kozben a HMV-hémérséklet tullépheti a
maximalis értéket.

INFORMACIO

A maximalis melegviz-hémérséklet legnagyobb értékét a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelel6en kell korlatozni.

i @

# Kéd Leiras
[5.8] [6-0E] Maximum:
A felhasznalok altal kivalaszthatd maximalis
hasznalati meleg viz h6mérséklet. Ezt a beallitast

a melegviz-csapok hémérsékletének
korlatozasara hasznalhatja.

Fert6tlenitési funkcid kozben a maximalis
hémeérséklet NEM alkalmazhato. Lasd:
fert6tlenités funkcio.

Hiszterézis (a hdszivattyt BEKAPCSOLASI hiszterézise)

Kizarélag akkor alkalmazhato, ha a hasznalati meleg viz készitésének beallitasa Csak
Ujramelegités. Ha a tartaly hémérséklete az Ujramelegitési hdmérséklet és a
h&szivattyl BEKAPCSOLAS| hiszterézisének kilonbsége ald esik, a tartaly
felmelegszik az Ujramelegitési h6mérsékletre.

A minimalis BEKAPCSOLASI hémérséklet 20°C, még ha a célhémérséklet
hiszterézise alacsonyabb is 20°C-nal.
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# Kod Leiras
[5.9] [6-00] A hészivattyd BEKAPCSOLASI hiszterézise
= 2°C~40°C

Hiszterézis (Ujramelegitési hiszterézis)

Kizarolag akkor alkalmazhatd, ha a haszndlati meleg viz készitésének beadllitdsa
Program+Ujramelegités. Ha a tartadly hémérséklete az Ujramelegitési hémérséklet
és az Ujramelegitési hiszterézis kilonbsége ald esik, a tartaly felmelegszik az
Ujramelegitési hémérsékletre.

# Kéd Leirds
[5.A] [6-08] Ujramelegitési hiszterézis
= 2°C~20°C
Célhém.mod
# Kod Leiras
(5.B] N/A Célhém.mod:
= Rogzitett
= Id6jarasfiggd
IF gorbe

Ha az idgjarasfliggd tzemmad aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatdrozza
a kivant tartalyhémérsékletet az atlagolt kiltéri h6mérséklet fliggvényében: mivel a
hideg viz csapja hidegebb, alacsonyabb kiltéri h&mérséklet magasabb
tartalyhémérsékletet eredményez, és forditva.

A hasznalati meleg viz Csak program vagy Program + Ujramelegités
készitése esetén a kényelmi betdroldsi hémérséklet id6jarasfiiggs (az iddjarasfliggd
gorbe alapjan), mig a gazdasagos betaroldsi és az Ujramelegitési h6mérséklet NEM
idGjarasfuggd.

A haszndlati meleg viz Csak  Ujramelegités mlivelete esetén a kivant
tartalyhémérséklet idGjarasfliiggs (az iddjarasfiggd gorbe alapjan). Id6jarasfiggd
mUkodés alatt a végfelhasznald nem allithatja be a felhasznaloi fellleten a kivant
tartalyhémérsékletet. Lasd még: "10.5 Iddjarasfiiggd gorbe" [» 145].
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Leiras

IF gorbe:

Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
2 modszer van. A kiillonb6z8 gorbetipusokkal
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd:

"10.5.2 2 pontos gorbe" [» 146] és

"10.5.3 Gorbeeltolasos gorbe" [» 147]. Mindkét
gorbetipus esetében 4 helyszini bedllitast kell
konfiguralni az alabbi dbran lathaté mddon.

ToHw
[0-0C] —

[0-0B]

[0-0E] popj  'la

= Touw: A kivant tartdlyhémérséklet.

T,: Az (atlagolt) kilsé hémérséklet

[0-0E]: alacsony kiilsé hémérséklet: —40°C~5°C
= [0-0D]: magas klilsé hémérséklet: 10°C~25°C

[0-0C]: a kivant tartalyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet az alacsony kilsé hémérséklet ala
csokken vagy azzal egyenl§: 45°C~[6-0E]°C

[0-0B]: a kivant tartalyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet a magas kils6 hémérséklet folé
emelkedik vagy azzal egyenl8: 35°C~[6-0E]°C

# Kod
[5.C] [0-OF]
[0-0D]
[0-0C]
[0-0B]
Kiilonbség

Haszndlati meleg viz Uzemmoddban az aldabbi hiszterézisérték allithatd be a

h&szivattyl mldkodtetéséhez:

#

Kod

Leiras

[5.D] [6-01]

A hészivattyd KI hémérsékletét meghatdrozé
hémérséklet-kilonbség.

Tartomany: 0°C~10°C

Példa: célhémérséklet (T, )>maximalis hdszivattyd-hémérséklet—[6-01] (T, ya—

[6-01])
Tonw
Tu=Tegun orr 60
Thp max 50 T6:01] \\ /’
Thp orr 48 $ [6-00] 4
HP ON
40 1
30 A
20 Ty = 60°C
HP BUH | THemax= S0°C g
] [6-01] = 2°C
10
[6-00] = 2°C
5 >
t
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BUH
HP

TBUH OFF
THP MAX

Thp orr
The on
Tonw
Ty

t

Kiegészits flitGelem

H&szivattyu. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hészivattyu felflitse a rendszert, a
kiegészitd flit6elem rasegithet a melegitésre

A kiegészit6 f(it6elem kikapcsolasi hémérséklete (T)

A hasznalatimelegviz-tartélyban |évé érzékelGével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet

A hészivattyu kikapcsoldsi hémérséklete (T, ya—[6-01])

A hészivattyu bekapcsoldsi h6mérséklete (T, or—[6-00])

Hasznalati meleg viz h6mérséklete

Felhasznalo altal (a felhasznaldi feltleten) beallitott célhémérséklet

Id6

Példa: célhémérséklet (T, )<maximalis hdszivattyd-hémérséklet—[6-01] (T p ya—

[6-01])

—
]
—

u HP OFF

T

HP

THP MAX

THP OFF
THP ON
TDHW
Ty

t

HP MAx 50

HP ON 43

DHW

45 | 16-00]

40

30

20
HP

5 >
t

H&szivattyu. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hészivattyu felflitse a rendszert, a
kiegészitd flit6elem rasegithet a melegitésre

A hasznalatimelegviz-tartdlyban |évé érzékelGével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet

A hészivattyu kikapcsolasi hémérséklete (T, yax—[6-01])

A hészivattyu bekapcsoldsi hémérséklete (T, or—[6-00])

Hasznalati meleg viz hémérséklete

Felhasznal¢ altal (a felhasznaloi fellleten) beadllitott célhémérséklet

1d6

i @

INFORMACIO

A maximalis hdszivattyi-hémérséklet a kilsé hémérséklettdl

fligg. Tovabbi

informaciokért lasd a mkodési tartomanyt.

IF gorbe tipusa

Az id6jarasfliggs gorbék meghatdrozdsdra 2 moédszer alkalmazhaté:
= 2 pont (lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 146])

= GOrbeeltolas (lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [» 147])

A [2.E] IF gorbe tipusa terlleten vdlassza ki, melyik mddszert szeretné
alkalmazni.
Az [5.E] IF gbrbe tipusa terileten csak olvashat6 modban megjelenik a
kivalasztott mddszer (a [2.E] terlileten megadottal megegyezs érték).

# Kod Leiras
[2.E]/ [5.E] N/A = 0:2 pont

= 1: GOrbeeltolas

10.6.7 Felhasznaldi beallitasok
Attekintés

Az almeni a kdvetkezd elemeket tartalmazza:

ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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! [7] Felhasznaldi bedllitdsok

B¢ Terfiités/-hites
(35 Tartaly

O Felhasznaloi beallitasok
@ Informacid

X Szerelsi beallitasok

] Nyelv

] Id6/datum
] Szabadsag
]
]
]

Csendes

Elektromos aram ara

[7.1
(7.2
(7.3
(7.4
[7.5
[7.6] Gaz ara

Nyelv

(7.1] N/A Nyelv

Id6/datum

t Kod Leiras

[7.2] N/A A helyi id6 és datum beallitasa

INFORMACIO

Alapértelmezés szerint a nyari id6szamitds engedélyezett, és a rendszer 24 oras
id6formatumot hasznal. Ha modositani szeretné ezeket a beallitasokat, ezt az egység
inicializalasa utan a menuUszerkezetben (Felhasznaldéi bedllitasok > Id6/
datum) teheti meg.

i @

Sziinnap

A szabadsdag lizemmadd bemutatasa

Szabadsaga alatt a mindennapi programok mddositdsa nélkil térhet el azoktdl.
Amig a szinnap Gzemmod aktiv, a térflités/-h(ités Gzemmddot és a hasznalati
meleg viz Gzemmoddot a rendszer kikapcsolja. A szobai fagyvédelem és a legionella
elleni Gzemmad aktiv marad.

Jellemz6 munkafolyamat

A sziinnap Uzemmodd alkalmazasa jellemz&en a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Aszlnnap Gzemmadd aktivaldsa.
2 Aszinnapok kezdd és befejezd napjanak bedllitasa.

Annak ellenérzése, hogy a szabadsag izemmaod aktiv-e és/vagy miikodésben
van-e

Ha a ikon megjelenik a kezd6képernyén, a sziinnap Gzemmaod aktiv.
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Csendes

A sziinnapok bedllitasa

1 | Aktivalja a sziinnap (zemmaodot. —

= Lépjen a [7.3.1] pontra: Felhasznaléi beallitasok > (Qec-O
Szabadsag > Aktivalas.

7.3.1

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

= Valassza ki a Be lehet6séget. (@s:-O

2 | Allitsa be a szinnapok elsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.2] pontra: Ekkortdl:. (Qec-O
= Vdlassza ki a napot. ©---0

O3
= Erésitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

3 | Allitsa be a szinnapok utolsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.3] pontra: Eddig:. (Qs-O
= Valassza ki a napot. @0

OO}
= Erdsitse meg a valtoztatasokat. Q-0

A csendes lizemmadd bemutatasa

Csendes Uzemmaodban a kiltéri egység kisebb hangerével mikaodik. Ez ugyanakkor
csokkenti a rendszer f(it6/h(it6 teljesitményét is. A csendes tzemmad tébb szinttel
rendelkezik.

A szerel§ altal elvégezhetd miveletek:
= A csendes Gzemmod teljes kikapcsolasa
= A csendes Uzemmaod egy szintjének manualis bekapcsoldsa

= A csendes Uzemmodd Utemezése programozasanak engedélyezése a felhasznald
szamara

= A korlatozasok konfiguraldsa a helyi el6irdsok alapjan

Ha a szerel6 engedélyezte, a felhasznald programozhatja a csendes l(zemmod
Utemezését.

INFORMACIO

Ha a kiltéri hémérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint hasznalata NEM
ajanlott.

i

Annak ellenérzése, hogy a csendes iizemmad aktiv-e

Ha a {@ ikon l4thaté a kezd6képernydn, a csendes izemmaod aktiv.

A csendes izemmad hasznalata

1 |Lépjena[7.4.1] pontra: Felhaszndldi bedallitasok > (Qe-O
Csendes > Uzemmdd.
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2 |Tegye a kdvetkez6k egyikét: —

Ha ezt szeretné... Akkor...

A csendes Uzemmad teljes Vdlassza ki a Ki lehet&séget. @O

kikapcsolasa Eredmény: Az egység soha nem fut

csendes Gzemmaodban. A
felhasznald ezt nem maddosithatja.

A csendes Gzemmod egy Valassza ki a Kézi lehet8séget. QO
szintjének manualis
bekapcsoldsa

Lépjen a [7.4.3] Szint teriletre, és @s-O
valassza ki a csendes Uzemmdd
alkalmazni kivant szintjét. Példa:
Legcsendesebb.

Eredmény: Az egység mindig a
kivalasztott csendes izemmdd
szintjén fut. A felhasznald ezt nem
modosithatja.

= A csendes Uzemmod | Vélassza ki a Automatikus QO
programozasanak lehet&séget.

engedélyezése a felhasznald
szamara, ES/VAGY

= A korlatozdsok konfigurdldsa

Eredmény:

= A felhaszndlé  (vagy  On)
programozhatja az Utemezést a

a helyi elGirasok alapjan [7.4.2] Program beallitdsban,
Tovabbi informaciok a
programozassal kapcsolatban:

"10.4.3 Programozas képernyé:
Példa" [» 139].

= A korlatozasokat itt
konfiguralhatja: [7.4.4]
Korlatozasok. Lasd aldbb.

= A csendes Uzemmod eredményei
a programtdl (ha be van
programozva) és a korlatozasoktdl

(ha engedélyezve/definialva
vannak) figgéen eltérék lehetnek.
Lasd alabb.
A korlatozasok konfiguralasahoz
1 Engedélyezze a korlatozasokat. QO

Lépjen a [7.4.4.1] ponthoz: Felhaszndléi bedllitasok >
Csendes > Korlatozasok > Engedélyezés, és valassza a
Igen lehet8seget.

2 | Hatarozza meg a délel6tti korldtozasokat (id6 + szint): Q- O

= [7.4.4.2]De., korlatozott ido
Példa: de. 9-t6l de. 11-ig.

= [7.4.43]De., korlatozott szint
Példa: Csendesebb
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Hatdrozza meg a délutani korlatozasokat (id6 + szint):
= [7.4.4.4]Du., korlatozott idd

Példa: du. 3-tdl du. 7-ig.
= [7.4.4.5]Du., korlatozott szint

Példa: Legcsendesebb

Lehetséges eredmények, ha a csendes lizemmadd bedllitasa Automatikus

Ha...

A csendes lizemmad =...

A korlatozasok | A korlatozasok Van
engedélyezve | (id6 + szint) |beprogramozv
vannak? definidlva a program?
vannak?
Nem N/A Nem Kl
Igen Koéveti a programot
lgen Nem Nem Kl
lgen Kdveti a programot
lgen Nem Koveti a korlatozast
lgen = A korlatozas ideje alatt: Ha a

korldtozott szint szigorubb,
mint a programozott szint,
akkor a korlatozott szint
érvényestl. Ha nem, akkor a
programot koveti.

= A korlatozas idején kiviil: A
program érvényesul.

Aram- és gazarak

Kizarolag a bivalens funkcidval egyutt alkalmazhatd. Ldsd még: "Bivalens" [» 206].

Kod

Leiras

Elektromos aram ara>Magas

Elektromos aram ara>Kdzepes

Elektromos aram ara>Alacsony

#

(7.5.1] N/A
[7.5.2] N/A
[7.5.3] N/A
(7.6] N/A

Gaz ara

i

INFORMACIO

Az elektromos dram ara csak akkor adhatdé meg, ha a bivalens mikodés BE van

kapcsolva ([9.C.1] vagy [C-02]). Ezeket az értékeket csak a [7.5.1], [7.5.2] és [7.5.3]
mendiszerkezetben lehet megadni. NE hasznalja a beallitdsok attekintését.

A gazar beallitasa

1 |Lépjena[7.6] pontra: Felhasznaldéi bedllitasok > Gaz 1@se-O
ara.

2 |Vdlassza ki a gaz megfelel§ arat. {@::-0

3 | Erésitse meg a valtoztatdsokat. Q-0
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. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

Az elektromos aram aranak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: Felhaszndloéi Q4O
bedllitdsok > Elektromos aram ara>Magas/
K6zepes/Alacsony.

2 | Valassza ki az dram megfelel§ arat. @0
Er6sitse meg a véltoztatdsokat. Q-0

4 |Ismételje meg ezt a Iépést mindharom dramdij esetében.

INFORMACIO

figyelembe a rendszer.

[ ]

l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentds értékkel).

. INFORMACIO

l Ha nincs program beadllitva, az Magas Elektromos aram ara arat veszi

Az elektromos aram ara id6szabalyozéjanak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.4] pontra: Felhaszndaldi bedallitasok >
Elektromos aram ara>Program.

QO

2 | Avdlasztott bedllitast a Program képernydn programozhatja be.
A Magas, Kbozepes és Alacsony dramdijakat az
aramszolgaltatdja dijszabasanak megfeleléen adhatja meg.

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat.

INFORMACIO

figyelembe a rendszer.

°
l Az értékek az el6zbleg bedllitott Magas, Kbzepes és Alacsony dramdijaknak
felelnek meg. Ha nincs program bedllitva, a Magas elektromos dram arat veszi

Energiadrak a megujulo energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé 6szténz6 figyelembe

vételével

Az energiadrak beadllitasakor figyelembe vehet§ egy 6sztonzé hasznalata. Bar a
muakodtetés koltsége novekedhet, a teljes Uzemeltetési koltség a visszatérités

figyelembe vételével optimalizalhatd.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el médositani az energiaarakat az 6sztonzési id6szak végén.

A gazar beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé

06sztonz6 figyelembe vételével
A gaz dranak dsszegét a kovetkez6 képlettel szamolhatja ki:
= Tényleges gazar+(6sztonz6/kWhx0,9)

A gazar bedllitdsanak eljarasdért lasd: "A gazar beallitdsa" [» 188].
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Példa

10.6.8 Informacio

Az elektromos aram aranak beallitdsa a megujulé energia kWh-anként valé
haszndalatara vonatkozé 6sztonzé figyelembe vételével

Az dramdij 0sszegét a kovetkezd képlettel szamolhatja ki:

= Elektromos aram tényleges ara+6sztonz6/kWh

Az dramdij bedllitdsanak eljarasdért lasd: "Az elektromos &ram dranak

beallitasa" [» 189].

A jelen példaban hasznalt arak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat Ar/kwh
Géz ara 4,08
Elektromos aram ara 12,49
Megujuld hé dsztonzbje kWh-anként 5

A gaz aranak kiszamitasa

Gaz dra=tényleges gazar+(0sztonz6/kwWhx0,9)

Gaz ara=4,08+(5x0,9)
Gaz ara=8,58

Az elektromos aram aranak kiszamitasa

Elektromos dram ara=elektromos aram tényleges ara+oszténz6/kWh

Elektromos dram ara=12,49+5

Elektromos dram ara=17,49

Ar

Géz: 4,08 /kWh

6]=8

Elektromos aram: 12,49 /kWh

Erték a navigacios elemben
[7.
(

7.5.1]=17

Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

8
(3 Tartaly
O Felhasznalsi beallitasok

@ Informécié

X szerelsi beallitasok

B Beiizemelés

[8] Informaciod

[8.1] Energiaadatok

[8.2] Hibael6zmények

[8.3] Forgalmazoval kapcsolatos
informaciok

[8.4] Erzékelsk

[8.5] Mlikodtets egységek
[8.6] Uzemmddok

[8.7] Névjegy

[8.8] Csatlakozas allapota
[8.9] Uzemid6

[8.A] Visszadallitas

SzerelGi referencia-Utmutato
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Forgalmazoéval kapcsolatos informacidk
A szerel6 ide beillesztheti a kapcsolatfelvételi adatait.
# Kéd Leiras

[8.3] N/A Problémak esetén a felhasznalok altal hivhato
telefonszamok.

Visszaallitas
Allitsa vissza az MMI-ben (a beltéri egység felhasznaldi feliilete) tarolt konfiguracios
beallitdsokat.

Példa: Energiamérés, szinnapbeallitasok.

. INFORMACIO
l Ez nem dllitja vissza a beltéri egység konfiguracids bedllitasait vagy helyszini
beallitasait.
# Kéd Leiras
[8.A] N/A Az MMI EEPROM
visszaallitdsa a gyari
értékre
Lehetséges leolvashaté informaciok
A kovetkez6 meniiben: Ezt olvashatja le...
[8.1] Energiaadatok ElGallitott energia, dramfogyasztas,
felhasznalt gaz
[8.2] Hibael6zmények Hibael6zmények
[8.3] Forgalmazdval kapcsolatos |Kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat szama
informaciodk
[8.4] Erzékelsk Szobahémérséklet, kiils6 hEmérséklet,
kilép& vizhémérséklet...
[8.5] Mlikodtetd egységek Minden mUkodtetd egység allapota/
Gzemmaddja
Példa: Az egység szivattyljanak BE-/
Klkapcsoldsa
[8.6] Uzemmédok Aktuadlis lzemmoad
Példa: Jégmentesités/olaj visszahordas
Gzemmad
[8.7] Névjegy A rendszer verzidinformacioi
[8.8] Csatlakozas allapota Az egység, a szobatermosztat és a
WLAN kapcsolédasi allapotaval
kapcsolatos informaciok.
[8.9] Uzemid6 Adott rendszerdsszetevék Uzemideje

10.6.9 SzerelGi bedllitasok
Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:
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9

[9] Szereldi bedllitasok

O Felhasznaléi beallitasok

%"::fj;beﬁmk [9.1] Beallitas varazslé
8 Betzemelss [9.2] Hasznalati meleg viz

8 Felhasznalsi profil

[9.3] Kiegészit6 filitGelem

[9.5] Vésziizem

[9.6] Nyomaskiegyenlits

[9.7]Vizcs6 befagydsanak megelbzése
[9.8] Kedvezményes elektromos aram
[9.9] Energiafogyasztas-vezérlo

[9.A] Energiamérés

[9.B] Erzékelsk

[9.C] Bivalens

[9.D] Riasztas kimenete

[9.E] Automatikus Ujrainditas

[9.F] Energiatakarékos funkcid

[9.G] Védelmek letiltasa

[9.H] Kényszeritett jégmentesités
[9.]] Helyszini bedllitdsok attekintése
[9.N]MMI-beallitasok exportalasa

Konfiguralas varazslo

A rendszer els6 BEKAPCSOLASAT kévetSen a felhasznaldi felilet végigvezeti a
konfigurdlds varazslén. gy megadhatja a legfontosabb induld bedllitdsokat. Ennek
kdszonhetSen az egység megfelelSen Uzemeltethet lesz. Késébb sziikség szerint a
menuszerkezet haszndlatdval adhatja majd meg a részletes beallitdsokat.

A konfigurdlds varazsld Ujrainditasdhoz |épjen az Szereldi bedllitasok >
Beallitds varazsld [9.1] menUpontra.

Hasznalati meleg viz

Hasznalati meleg viz

Az aldbbi bedllitas hatdrozza meg, hogy a rendszer készithet-e hasznalati meleg
vizet, és hogy melyik tartdlyt hasznalja. Ez a beadllitas csak olvashato.

# Kéd Leiras
[9.2.1] [E-05]@ = Beépitett
[E-06]® A hasznalatimelegviz-melegités  kdzben a
[E-07]® rendszer a kiegészitd flitéelemet is hasznalja.

@ Hasznalja a meniszerkezetet a bedllitasok attekintése helyett. A meniszerkezet beéllitasa
[9.2.1] lecseréli a kovetkezs 3 beallitas-attekintést:
e [E-O5]: Képes a rendszer hasznalati meleg vizet késziteni?
* [E-06]: Van hasznalatimelegviz-tartaly felszerelve a rendszerben?
e [E-07]: Milyen hasznalatimelegviz-tartaly van felszerelve?
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HMV-szivattyu

# Kéd Leiras
[9.2.2] [D-02] HMV-szivattydu:
= 0:Nincs HMV-szivattyu: NINCS beszerelve

= 1: Azonnali meleg viz: Beszerelve csapbdl
engedheté azonnali meleg vizhez. A felhasznalo
allitia  be a  haszndlatimelegviz-szivattyu
mUkodésének id6zitését a program
segitségével. A szivattyd vezérlése a
taviranyiton keresztil lehetséges.

- 2: Fertotlenités: Beszerelve
fertGtlenitéshez. Akkor mdkodik, amikor a
hasznalatimelegviz-tartaly fertGtlenitési

funkcidja  fut. Nem  szlkséges tovabbi
bedllitdsok megadasa.

Lasd még:
= "6.3.4 HMV-szivattyu azonnali meleg vizhez" [» 37]
= "6.3.5 HMV-szivattyu fert6tlenitéshez" [» 37]

HMV-szivattyu program

Adjon meg egy programot a HMV-szivattyu szabalyzasara (kizarélag a masodlagos
vizkoérhoz felszerelt hasznalati melegviz-szivattyu esetén).

Program létrehozasa a haszndlatimelegviz-szivattyuhoz, ami meghatarozza, hogy
a szivattyud mikor kapcsoljon ki vagy be.

A bekapcsolt szivattyu folyamatosan mdkodik, barmikor eresztheté meleg viz a
csapbodl. Az energiatakarékossdg érdekében csak akkor legyen bekapcsolva a
szivattyl napkozben, amikor feltétlendl sziikség van azonnali meleg vizre.

Kiegészitd flitGelem
A kiegészitd fltSelem tipusan kivil a felhasznaloi fellleten konfiguralni kell az
aramerG@sséget, a beallitasokat és a teljesitményt is.

A kiegészité fltbelem kiulonbozd fokozatainak teljesitményét meg kell adni az
energiamérés és/vagy az energiafogyasztas funkcio helyes mikodése érdekében.
Az egyes f(it6elemek ellendlldsértékének mérésekor beadllithatjia a pontos
ft6teljesitményt, ami pontosabb energiaadatokat eredményez.

Kiegészito6 flitéelem tipusa

A kiegészité flit6elem csatlakoztathatd a legtobb eurdpai elektromos halézathoz. A
felhasznaldi fellleten be kell allitani a kiegészité flit6elem tipusat. Beépitett
kiegészit6 flitéelemmel szerelt egységek esetén a flitéelem tipusa megtekinthetd,
de nem maddosithatd.

# Kod Leiras
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9

Fesziiltség

= A 6V modell esetében a lehetséges beallitasok:
- 230 V, 1ph
- 230 V, 3ph
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= A 9W-os modellnél a bedllitas rogzitett értéke 400 V, 3ph.
# Kod Leiras

[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1ph

= 1:230 V, 3ph

= 2:400 V, 3ph

Bedllitas
A kiegészitd flt6elem kilonbdzE mddokon konfigurdlhatd. Vélaszthat 1 fokozatu
kiegészit6 flt6elem vagy 2 fokozatu kiegészité fltéelem haszndlata kozt. 2 fokozat

esetén a masodik fokozat kapacitdsa ettél a beallitastél fligg. Az is kivalaszthatd,
hogy a masodik fokozat kapacitdsa vészhelyzet esetén magasabb legyen.

# Kod Leiras
[9.3.3] [4-0A] = 0:Relé 1
= 1:Relé 1/Relé 1+2
= 2:Relé 1/Relé?2
= 3:Relé 1/Relé 2 Vésziizemrelé 1+2

INFORMACIO

A [9.3.3] és [9.3.5] beallitasok kapcsolodnak egymashoz. Az egyik modositasa hatassal
van a masikra. Ha modositja az egyiket, ellendrizze, hogy a masik tovabbra is Ugy van-
e, ahogy szeretné.

i @

INFORMACIO

Normal Gzemmddban a kiegészit6 flitéelem masodik fokozatdnak teljesitménye
névleges feszlltségen: [6-03]+[6-04].

i @

INFORMACIO

Ha [4-0A]=3, és a szikséghelyzeti mdd aktiv, a kiegészitd flitéelem dramfelvétele
maximalis, és az értéke 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMACIO

Csak beépitett hasznalatimelegviz-tartéllyal rendelkez6 rendszerek esetén: ha a
tarolasi célhémérséklet nagyobb mint 50°C, a Daikin azt javasolja, hogy NE tiltsa le a
kiegészitd flit6elem masodik fokozatdt, mert az nagy hatassal lesz arra, hogy mennyi
ideig tart az egységnek a hasznalatimelegviz-tartaly felmelegitése.

i @

Teljesitmény — 1. fokozat

# Kéd Leirds
[9.3.4] [6-03] = A kiegészit6 flit6elem elsé fokozatanak

teljesitménye névleges feszultségen.

Kiegészito teljesitmény — 2. fokozat

# Kod Leiras
[9.3.5] [6-04] = A kiegészit6 flt6elem elsé és masodik fokozata
kozotti  teljesitménykilonbségek  névleges
feszlltségen. A névleges érték a kiegészité
flt6elem konfiguradlasatdl fligg.
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Vésziizem

Egyensuly

# Kod Leiras

[9.3.6] [5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészit6 fitéelemet
(vagy bivalens rendszer esetén a kuilsé tartalék
héforrast) az egyensulyi hémérséklet felett a
térflitéshez?

= 0: Nem

= 1:Igen

[9.3.7] [5-01] Egyensulyi hémérséklet: Kultéri
hémérséklet, amely alatt a kiegészité fit6elem
(vagy bivalens rendszer esetén a kuiilsé tartalék
héforras) mikodése engedélyezett.

Tartomany: —15°C~35°C

Uzemeltetés

# Kod Leiras
[9.3.8] [4-00] Kiegészitd flt6elem mikodése:

= 0: Korlatozott
= 1: Engedélyezett

= 2: Csak HMV: A kiegészit§ ft6elem mikodése
a haszndlati meleg viz esetében engedélyezve
van, térflités esetén pedig le van tiltva.

INFORMACIO

Ha a hasznalati meleg vizet a hészivattyu tul lassan f(ti fel, az befolyasolhatja a
térflitési/hitési kor kényelmes mikodtetését. Ebben az esetben a [4-00]=1 vagy 2
értékre allitasaval engedélyezze, hogy a kiegészit6 flt6elem besegitsen a HMV-
Gzemmadban.

i @

INFORMACIO

Csak integrélt hasznalati melegviz-tartallyal rendelkez6 rendszerek esetén: Ha a
kiegészitd flitGelem mikodését térflités kozben korldtozni kell, de hasznalati
melegviz-melegitési funkcidhoz engedélyezhetd, akkor a [4-00] beallitdsa 2 legyen.

i @

Vésziizem

Amikor a hdészivattydk nem mdlkodnek, a kiegészit§ flit6éelem szolgdlhat
szlkséghelyzeti  flit6egységként, amely automatikusan vagy felhasznaldi
beavatkozdsra atveszi a héterhelést.

= Ha az Vészilizem értéke Automatikus, és a hdszivattyl meghibdsodik, a
kiegészit§ flt6elem automatikusan dtveszi a hasznélati meleg viz el$allitasat és a
térfltést.

= Ha az Vészilizem értéke Kézi, és a hészivattyl meghibasodik, a hasznalati meleg
viz el6allitasa és a térflités leall.

A mikodés felhasznalodi fellleten keresztil torténd manudlis visszaallitasahoz
lépjen a Meghibdasodas fémenu képernyGjére, és erlsitse meg, hogy a
kiegészit§ flit6elem atveheti-e a héterhelést vagy sem.
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= Ha az Vészlzem bedllitdsa:

- auto.

- auto.

- auto.

TH csokkentve/HMV be, a térflités mértéke csokkentett, de a
hasznalati meleg viz igy is elérheté.

TH csokkentve/HMV ki, a térflités mértéke csokkentett, és a
hasznalati meleg viz NEM érhetd el.

TH normdlis/HMV ki, a térf(ités normal mdédon mkodik, de a
hasznalati meleg viz NEM érhetd el.

A Kézi modhoz hasonldan az egység a teljes terhelést képes kezelni a kiegészits
fltéelemmel, ha a felhasznald aktivalja ezt a lehetdséget a Meghibdsodas
fémenu képernydijén.

Ha a hdzban hosszabb ideig nem tartézkodik senki, az Vésziizem beallitast ajanlott

auto. TH csokkentve/HMV ki értékre dllitani az dramfogyasztds
minimalizalasa érdekében.

# Kod Leiras
[9.5.1] [4-06] = 0:Kézi

= 1: Automatikus

= 2:auto. TH csokkentve/HMV be
= 3:auto. TH csokkentve/HMV ki
4:auto. TH normalis/HMV ki

i @

INFORMACIO

Az automatikus szikséghelyzeti m(kodés beallitdsa csak a felhasznaldi felllet

menuszerkezetében allithatd be.

i @

INFORMACIO

Ha hd&szivattyuhiba jelentkezik, és az Vésziizem bedllitasa Kézi, a szobai
fagyvédelem funkcié, a padldfiitéses betonszaritas funkcid és a vizcséfagyasgatld
funkcid akkor is aktiv marad, ha a felhasznalé6 NEM erd&siti meg a szikséghelyzeti

Uzemet.

Kompresszor kényszerkikapcsolasa

A Kompresszor kényszerkikapcsolasa maod aktivdlhatd, hogy a kiegészité
flit6elem csak haszndlati meleg vizet és térf(itést biztosithasson. Ha ez a madd
aktivalva van:

= A h@szivattyus Gzemeltetés NEM lehetséges
= A h(tés NEM lehetséges

#

Kod

Leiras

[9.5.2]

[7-06]

A Kompresszor kényszerkikapcsolasa

mod aktivalasa:
= 0: letiltva

= 1. engedélyezve

Nyomaskiegyenlit6

Els6bbségek

Beépitett haszndlatimelegviz-tartallyal rendelkezd rendszereknél.

SzerelGi referencia-Utmutato
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# Kod Leiras

[9.6.1] [5-02] Térfiités els6bbsége: Meghatédrozza, hogy
a kiegészit6 flitéelem segiti-e a hészivattyut a
hasznalati meleg viz Gzem alatt.

A funkcié engedélyezésével lerdviditi a
tartalyfdtési id6t, valamint a térflitési ciklus
megszakitasat.

Ennek a beallitdsnak mindig 1 értéklinek KELL
lennie.

Az [5-01] Egyensulyi h6mérséklet és [5-03]
Térf(ités els6bbségi h6mérséklete a kiegészité
flt6elemhez kapcsolddik. Az [5-03]
hémérsékletét ezért az [5-01] értékével
megegyezGre vagy par fokkal magasabbra kell
allitania.

Ha a kiegészit6 fltéelem mikodése korlatozott
([4-00]=0), és a kultéri hémérséklet
alacsonyabb az [5-03] beallitasnal, akkor a
hasznalati meleg viz melegitése nem torténik
meg a kiegészit6 fdtéelemmel.

[9.6.2] [5-03] ElsGbbségi hémérséklet: Meghatarozza
azt a kultéri hémérsékletet, amely alatt a
kiegészité fit6elem a hasznalati meleg viz
ftése kozben segédkezik.

[9.6.3] [5-04] Eltolas BSH célhdmérséklet: A
hasznalati meleg viz célhémérséklet-
korrekcidja: a haszndlati meleg viz
célhémérsékletének korrekcidja, amely
alacsony kultéri hémérséklet esetén lép
érvénybe, ha a térflités els6bbsége funkcid
engedélyezett. A korrigdlt (magasabb)
célhémérséklet biztositja, hogy a tartalyban
[évé viz teljes hételjesitménye nagyjabdl
allandé maradjon, kompenzalva a tartaly aljan
[évé hidegebb vizet (mivel a h6cserél§ spirdl
nem melegit) egy melegebb felsd réteggel.

Tartomany: 0°C~20°C

Id6kapcsolék

Olyan kérésekhez, amelyek egyidejlileg a térf(itési és a hasznalatimelegviz-készitési
Uzemmadra is vonatkoznak.

[8-02]: Ciklusok kozotti id6

~Y

[8-01] [8-02]
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1 Hészivattyls hasznalativiz-melegités izemmod (1=aktiv, 0=nem aktiv)
2 Melegviz-kérelem a hészivattyu felé (1=van kérelem, O=nincs kérelem)
t 1d6

[8-04]: Kiegészitd i1d6zitd itt: [4-02]/[F-01]

ta tA
[8-01]+ [8-01]+
[8-04] 8-041 17 \
(8-02] {---a, [8-02]
. i
[8-01] - \.\. [8-01] =
\. P
> > 0 Z >
[5-03] 4021 [F-01] BC 1,

T, Kornyezeti (kiltéri) h6mérséklet
t 1d§
Ciklusok kozotti ido
A hasznalati meleg viz eléallitasanak legnagyobb mikodési ideje

alkalmazhatd

# Kod Leiras

[9.6.4] [8-02] Ciklusok kozotti ido: A hasznalati meleg
viz Gzem két ciklusa kozotti minimalis id6. A
tényleges ciklusok kozotti id6 szintén a [8-04]
bedllitastol fugg.
Tartomany: 0~10 dra
Megjegyzés: A minimalis id6tartam 0,5 éra még a
0 érték valasztasa esetén is.

[9.6.5] Nem Minimalis miikodési ido:

NE mddositsa.

[9.6.6]

[8-01]

Maximdlis mikodési id6 a hasznalati meleg

viz Gzemmdd esetében. A hasznélati meleg viz
melegitése leall még akkor is, ha a haszndlati
meleg viz célhémérsékletét NEM érte el a
rendszer. A tényleges maximalis m(ikodési id6é
szintén a [8-04] beallitastdl fugg.

= HaVezérlés=Szobatermosztat: Ez az el6re
bedllitott érték kizarolag akkor szamit, ha
térflitésre vagy térh(tésre van igény. Ha NINCS
térfltési/-htési igény, a rendszer addig f(ti a
tartalyt, amig az el nem éri a célhémérsékletet.

= Ha Vezérlés#Szobatermosztat: Ez az el6re
bedllitott érték minden esetben szamit.

Tartomany: 5~95 perc

[9.6.7] [8-04] Kiegészit6 id6zitd: A maximalis mikodési
id6 kiegészité mikodési ideje a [4-02] vagy [F-01]

kaltéri hémérséklettél figgden.

Tartomany: 0~95 perc

Vizcs6 befagyasanak megel6zése

Csak a kultéri vizcs6vezetékekkel szerelt rendszerek esetére vonatkozik. Ez a
funkcio megkisérli megdvni a kiltéri vizesdveket a befagyastol.
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Kod

Leiras

[9.7]

[4-04]

Vizcs6 befagydsanak megeldzése:

= 0: Folyamatos szivattyumikodés

= 1: Nem folyamatos szivattyumiikodés
= 2:K1i

Kedvezményes elektromos daram

#

Kod

Leiras

[9.8.2]

[D-00]

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha a [9.8.4]
bedllitaésa NEM Okoshaldzat.

Fltés engedélyezése: Mely flit6elemek
mUkodése engedélyezett kedvezményes kWh
dijszabdsu tapellatas esetén?

= 0 Nem: Nincs

=1 Csak segédfitoelem:  Csak
segédflitéelem

= 2 Csak kiegészité  flitbéelem: Csak
kiegészité flit6elem

= 30sszes: Minden f(itéelem

Lasd még az alabbi tablazatot (Kedvezményes
kWh-dijszabasu elektromos aram hasznalata
soran engedélyezett flit6elemek).

A 2 bedllitds csak akkor hordoz jelentést, ha a
kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram
1-es tipusuy, vagy a hidromodul kilén normal
kWh-dijszabasu elektromos dramra van
csatlakoztatva (X2M/5-6 hasznalataval), és a
kiegészité flitéelem NEM a kedvezményes kWh-
dijszabdsu elektromos dramhoz csatlakozik.

[9.8.3]

[D-05]

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhato, ha a [9.8.4]
bedllitasa NEM Okoshaldzat.

Szivattyu engedélyezése:

= 0 Nem: A szivattyu kényszeritett kikapcsolt
allapotban van

= 1 Igen: Nincs korlatozas
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Leiras

[9.8.4] [D-01]

Csatlakozds a kovetkez6hoz: Kedvezményes
elektromos aramvagy Okoshdlézat:

= 0 Nem: A kiltéri egység normal dramellatasu.

= 1 Nyitva: A kultéri egység kedvezményes kWh
dijszabasu tapelldtashoz van csatlakoztatva.
Amikor a kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos  szolgdltaté elkdldi, akkor a
kontaktus kinyit, és az egység
kényszerkikapcsolas Uzemmadra valt. Ha a jel
megszUnik, a feszlltségmentes kontaktus zarul,
és az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus Ujrainditasi
funkcidt.

= 2 Zarva: A kiltéri egység kedvezményes kWh
dijszabdsu tapellatashoz van csatlakoztatva.
Amikor a kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos szolgéltatdé elkdldi, akkor a
kontaktus zarul, és az egység
kényszerkikapcsolas Uzemmaodra valt. Ha a jel
megszlnik, a feszlltségmentes kontaktus
kinyit, és az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus Ujrainditasi
funkciot.

= 3 Okoshalézat: A rendszerhez okoshaldzat
van csatlakoztatva

[9.8.5] Nem
alkalmazhatd

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshaldzat.

A 2 bemeneti okoshalézati csatlakozo altal
kildott okoshaldzati lzemmaddot jelzi.

Okoshalozati lzemmdd:
= Szabad uzem

= Kényszerkikapcsolas
= Ajanlott be

= Kényszeritett be

Lasd még az alabbi tablazatot (Okoshalodzati
tdzemmaodok).

[9.8.6] Nem
alkalmazhato

Korlatozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshdlézat.

Az elektromos flit6elemek engedélyezésének
bedllitasa.

Elektromos fltGelemek engedélyezése:
= Nem

= Igen

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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# Kod Leiras

[9.8.7] Nem Korlatozas: Kizardlag szobatermosztat-vezérlés
alkalmazhaté |esetén alkalmazhatd, ha a
[9.8.4]=0koshalozat.

Szobapufferelés engedélyezésének beallitasa.
Szobapufferelés engedélyezése:

= Nem: A fotovoltaikus panelekrél szarmazé plusz
energia pufferelése csak a HMV-tartalyban
torténik (vagyis felmelegiti a HMV-tartalyt).

= Igen: A fotovoltaikus panelekrél szarmazo
plusz energia pufferelése a HMV-tartdlyban és
a térfltési/-hlitési korben torténik (vagyis
felmelegiti vagy lehliti a szobat).

[9.8.8] Nem Korlatozas beallitasa kW-ban

alkalmazhatd | koristozas: Csak akkor alkalmazhatd, ha:

= [9.8.4]=0koshalédzat.

= A fotovoltaikus panelekhez nem érhetd el
impulzusmérd (drammérd) ([9.A.2]
Aramfogyasztds-méré 2 =Nincs)

Altaldban, ha elérhetd az impulzusmérd, a
kovetkezd torténik:

= Az impulzusméré méri a fotovoltaikus panelek
altal termelt dramot.

= Az egység az okoshdlézat "Ajanlott BE"
Uzemmadjaban valé hasznalat sordn korlatozza
az energiafogyasztdsat annak érdekében, hogy
csak a fotovoltaikus panelek altal termelt
aramot hasznalja.

A megfelel§ bedllitds (Korlatozas
beallitdsa kW-ban)hasznalataval az egység
energiafogyasztdsat azonban akkor is lehet
korlatozni, ha nem all rendelkezésre
impulzusméré. Ezzel megel&zhet§ a
tulfogyasztds, és igy kikényszeriti a haldzatrol
szarmazé aram felhasznalasat.

Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram hasznalata soran
engedélyezett flit6elemek

NE haszndlja az 1 vagy 3 értéket. Ha a [D-00] értékét 1-re vagy 3-ra allitja, amikor a
[D-01] értéke 1 vagy 2, akkor a [D-00] visszaall O-ra, mivel a rendszernek nincs
segédflitéeleme. A [D-00] értékét csak az aldbbi tablazatban lathatd értékekre
allitsa:

[D-00] Kiegészit6 flitoelem Kompresszor
0 Kényszeritett Kl Kényszeritett Kl
2 Engedélyezett

Okoshalozati izemmadok

A 2 bemeneti okoshaldozati csatlakozé  (lasd:  "9.3.11  Csatlakozas
okoshalézathoz" [» 118]) a kdvetkezd okoshaldzati médokat képes aktivalni:
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Okoshalozati csatlakozo [9.8.5] Okoshdalozati ilizemmdod
(1 (2]

0 0 Szabad Uzem

0 1 Kényszerkikapcsolas

1 0 Ajanlott be

1 1 Kényszeritett be

Szabad lizem:

Az okoshalézati funkcido NEM aktiv.

Kényszerkikapcsolas:

= Az egység kényszeriti a kompresszor és a kiegészits fit&elem KIKAPCSOLASAT.

= A védelmi funkciok (szobai fagyvédelem, tartdlyfertGtlenités) és a jégmentesités
NINCSENEK felilirva (e funkcidk tekintetében a kapacitas nem lesz korlatozva)

Lasd még: "Védelmi funkciok" [» 210].
Ajanlott be:

= Ha a térflités/-hiités kérése Kl van kapcsolva, és a tartaly célhémérséklete el lett
érve, az egység valaszthatja a fotovoltaikus panelekrél szdrmazd energia
pufferelését a szobaban (csak szobatermosztatos szabalyozds esetén) vagy a
HMV-tartalyban ahelyett, hogy azt a halézatba juttatna.

Szobapufferelés esetén a szoba hémérséklete a kényelmi célhémérsékletre lesz
fltve vagy h(itve. Tartalypufferelés esetén a tartaly hémérséklete a maximalis
tartalyhémérsékletre lesz flitve.

= A cél a fotovoltaikus panelekrél szarmazo energia pufferelése. Emiatt az egység
kapacitasanak korlatjdt a fotovoltaikus panelek altal biztositott energia
mennyisége jelenti:

Ha az okoshalézati impulzusméra... Akkor a hatarérték...
Elérhetd Az okoshdlézati impulzusmérd

bemenete alapjan mikods egység
hatarozza meg.

Nem valaszthato A [9.8.8] Korlatozas beallitasa
kW-ban beallitds hatdrozza meg

= A védelmi funkciok (szobai fagyvédelem, tartdlyfertStlenités) és a jégmentesités
NINCSENEK felilirva (e funkcidk tekintetében a kapacitas nem lesz korlatozva)

Lasd még: "Védelmi funkciok" [» 210].
Kényszeritett be:

Hasonld a Ajanlott be bedllitdshoz, de nincs kapacitaskorlatozas. A cél az, hogy
amikor csak lehet, NE haszndlja a haldzatot.

Sziikséghelyzeti mdd. Ha a szlkséghelyzeti mod aktiv, NEM lehet pufferelni az
elektromos flitéelemmel Kényszeritett be és Ajanlott be Gzemmddokban.

Energiafogyasztas-vezérl6

Energiafogyasztas-vezérlo

A funkcidval kapcsolatos részletes informaciok: "6 Hasznalati iranyelvek" [» 31].
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# Kéd Leiras
[9.9.1] [4-08] Energiafogyasztas-vezérld:
= 0 Nem: Letiltva.
= 1 Folyamatos: Engedélyezve: megadhat egy
teljesitménykorlat értéket (A vagy kW),
amelyre a rendszer minden esetben
korlatozza az energiafogyasztast.
= 2 Bemenetek: Engedélyezve: legfeljebb négy
kilonb6z6  aramforras-korlatozasi  értéket
adhat meg (A vagy kW), amelyekre a rendszer
az energiafogyasztast korldtozza, amennyiben
a megfeleld digitalis bemenet kéri azt.
[9.9.2] [4-09] Tipus:
=0 Amper: A korldtozasi értékek A
mértékegységben vannak megadva.
=1 kW: A korldtozasi  értékek kW
mértékegységben vannak megadva.
Korldtozas, ha [9.9.1]=Folyamatos és [9.9.2]=Amper:
# Kaod Leiras
[9.9.3] [5-05] Korlatozas: Kizérdlag a folyamatos
aramer@sség-korlatozasi Gzemmad esetén
alkalmazhaté.
0A~50 A
Korldtozasok, ha [9.9.1]=Bemenetek és [9.9.2]=Amper:
# Kod Leiras
[9.9.4] [5-05] Korlatozas 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Korlatozas 2:0A~50A
[9.9.6] [5-07] Korlatozas 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Korlatozas 4:0A~50A
Korldtozas, ha [9.9.1]=Folyamatos és [9.9.2]=kW:
# Kaod Leiras
[9.9.8] [5-09] Korlatozas: Kizérdlag folyamatos
aramforras-korlatozasi Glzemmod esetén
alkalmazhaté.
0 kW~20 kW
Korlatozasok, ha [9.9.1]=Bemenetek és[9.9.2]=kW:
# Kéd Leiras
[9.9.9] [5-09] Korlatozas 1:0kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Korlatozas 2:0kwW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Korlatozas 3:0kwW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Korlatozas 4:0kwW~20 kW
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Els6bbségi flitéelem

Ez a bedllitas az érvényes korlatozastdl fuggéen meghatarozza az elektromos

flit6elemek prioritasat.

Mivel

flt6elemnek lesz els6bbsége.

nincs segédf(itéelem, mindig a kiegészit§

# Kéd Leiras
[9.9.D] [4-01] Els6bbségi flitbelem:
= 0 Nincs: A kiegészit§ flit6elemnek van
els6bbsége.
= 1 Segédfitbelem: Ujrainditds utin a
bedllitds Ujra O=Nincs lesz, és a kiegészits
flt6elemnek lesz elsGbbsége.
= 2 Kiegészit6é fltbelem: A kiegészits
flt6elemnek van elsébbsége.
BBR16
A funkcidval kapcsolatos részletes informaciok: "6.5.4 BBR16 daramforras-
korlatozas" [» 44].
. INFORMACIO
l A Korlatozas: BBR16-beadllitdsok csak akkor lathatdk, ha a felhaszndloi felilet nyelve
svéd.
MEGJEGYZES

®

van a

2 hét all rendelkezésre a modositasra. A BBR16 aktivalasa utan minddssze 2 hete
maodositasara

beallitasok

teljesitménykorldatozasa).
beallitasokat.

Megjegyzés: Ez kiulonbdzik a folyamatos arramforrds-korlatozastél, amely mindig
mddosithatd.

BBR16
ezeket a

aktivaldsa és
az egység rogziti

(BBR16
2 hét elteltével

BBR16 aktivalasa

#

Kod

Leiras

[9.9.F]

[7-07]

BBR16 aktivalasa:
= 0: letiltva

= 1: engedélyezve

BBR16 teljesitménykorlatozdsa

# Kéd Leiras
[9.9.G] [N/A] BBR16 teljesitménykorlatozdasa:Eza
bedllitds a menuszerkezetbdl konfiguralhato.
= 0 kW~25 kW, 0,1 kW-os |épésekben
Energiamérés
Energiamérés

Ha az energiamérést kuls6 mérék végzik, a beadllitdsokat az aldbbiak szerint
konfiguralja. Vdlassza ki az egyes arammérdk kimenetének impulzusfrekvencidjat

azok modszaki jellemz8inek megfelelGen.

Lehetséges legfeljebb 2 kilonbozé
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impulzusfrekvenciaju arammeéré csatlakoztatdsa is. Amennyiben csak 1 drammérdé
van hasznalatban, vagy egy sem, vélassza a "Nincs" lehet8séget annak jelzésére,
hogy NEM hasznalja a megfelel§ impulzusbemenetet.

# Kéd Leiras
[9.A.1] [D-08] Aramfogyasztas-méré 1:
= ONincs: NINCS beszerelve
= 1 1/10kWh: Beszerelve
= 2 1/kWh: Beszerelve
= 310/kWh: Beszerelve
= 4100/kWh: Beszerelve
= 51000/kWh: Beszerelve
[9.A.2] [D-09] Aramfogyasztas-méré 2:
= ONincs: NINCS beszerelve
= 11/10kWh: Beszerelve
= 2 1/kWh: Beszerelve
= 310/kWh: Beszerelve
= 4100/kWh: Beszerelve
= 51000/kWh: Beszerelve
Ha a fotovoltaikus panelekhez elérheté
impulzusméré:
= 6100/kWh a PV-panelhez: Beszerelve
= 71000/kWh a PV-panelhez: Beszerelve
ErzékelSk
Kiils6 érzékel6
# Kod Leiras
[9.B.1] [C-08] KiilsG érzékeld: Ha opcionalis kiilsé
kornyezeti érzékel6 van csatlakoztatva, meg kell
adni az érzékeld tipusat.
= 0Nincs: NINCS beszerelve. A taviranyitdban és
a kiltéri egységben taldlhaté hdémérséklet-
érzékel6 mérési célt szolgal.
= 1 Kiltéri: Csatlakoztatva a beltéri egység
kiltéri  homérsékletet mérd  PCB-jéhez.
Megjegyzés: A kiltéri egységben taldlhato
hémérséklet-érzékels bizonyos funkcidk esetén
is hasznalhato.
= 2 Szoba: Csatlakoztatva a beltéri egység
beltéri hémérsékletet mér6 PCB-jéhez. A
tavirdnyitoban  1év6  hémérséklet-érzékels
NINCS hasznalatban a tovabbiakban.
Megjegyzés: Ennek az értéknek  csak
szobatermosztat-vezérlés esetén van jelentése.
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Bivalens

Kiilsé érzékeld eltolasa

KIZAROLAG csatlakoztatott és bedllitott kiilss, kiltéri kdrnyezeti érzékelé esetén
alkalmazhaté.

A kils6, kultéri kornyezeti hémérséklet-érzékels kalibralhatd. A hémérséklet-
érzékeld értékéhez eltolds adhatd hozza. Ez a bedllitds az olyan helyzetek esetén
torténd kiegyenlitésre vald, amikor a kilsé kornyezeti érzékel6 nem szerelhetd
idedlis helyre.

t# Kod Leiras
[9.B.2] [2-0B] Kilso érzékeld eltolasa: Akulsé
hémérséklet kultéri hémeérséklet-érzékeldn mért
eltolasa.
= —5°C~5°C, 0,5°C-0s |épésekben

Atlagolasi id6
Az atlagidézité korrigadlja a kornyezeti hémérsékleti ingadozdsok hatdsat. Az
id6jarasfuggs célhémérsékletet a rendszer az atlagos kultéri hémérséklet alapjan
szamitja ki.
A kiltéri hémérsékletet a kivalasztott id6tartamra atlagolja a rendszer.
# Kéd Leiras
[9.B.3] [1-0A] Atlagolasi idé:
= 0: Nincs atlagolas
= 1:12 6ra
= 2:24 6ra
= 3:48 6ra
= 4:726ra

Bivalens

Csak akkor alkalmazhato, ha rasegité vizmelegit6t hasznal.

MEGJEGYZES
A bivalens mikodés csak akkor lehetséges, ha:

= A térflitést BE van kapcsolva, és

= A HMV-tartaly mikodtetése Kl van kapcsolva.

INFORMACIO

A bivalens mUkodés csak 1 kilép6 vizhémérsékleti zéna esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

i @

® szobatermosztatos szabalyozas, VAGY

= kils§ szobatermosztatos szabalyozas.

A bivalens bemutatasa

A funkcio célja annak meghatarozasa, hogy melyik fltési er6forras gondoskodjon a
térflitésrdl, a hdszivattylUrendszer vagy a rasegit6 vizmelegitd.
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# Kod Leirds
[9.C.1] [C-02] Bivalens: Jelzi, ha a térf(itést mas héforras is

végzi az adott rendszerben.
= 0 Nem: Nincs beszerelve

= 1 Igen: Beszerelve. A rasegit6 vizmelegit6
(gdzkazan, olajég8) alacsony kilsé kornyezeti
hémérséklet esetén térf(ités Gzemmaddban
mUkodik. A bivalens mkodés sordn a
h@szivattyl hasznalati meleg viz Gzemmoadban
mukodik, amikor fel kell fliteni a tartalyt, vagy
KIKAPCSOL. Allitsa be ezt az értéket kiegészits
vizmelegit6 hasznalata esetén.

= Ha a Bivalens engedélyezve van: Amikor a kiltéri h6mérséklet a bivalens
makodés BE hémérséklete (rogzitett vagy az energiadijak alapjan valtozd) ald
esik, a hdszivattyd térflités muikodése automatikusan ledll, és a rasegité
vizmelegit6 engedélyezési jele aktivalodik.

* Ha a Bivalens le van tiltva: A h@szivattyl csak a mkodési tartomanyban
biztosit térflitést. A rasegitd vizmelegit6 engedélyezési jele mindig inaktiv.

Az atvéltds a hdszivattyUrendszer és a rasegité vizmelegité kozott az aldbbi
bedllitdsokon alapul:

= [C-03] és [C-04]

= Elektromos aram ara: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
= Gaz ara: [7.6]

[C-03], [C-04] és T,

A fenti bedllitdsok alapjan a hészivattyurendszer megallapitja a T, értékét, amely
egy [C-03] és [C-03]+[C-04] kozotti valtozo.

3°C

a

b >
[C-03] Tealc [C-03]+[C-04] ™

T, Kultéri h6mérséklet
T... Bivalens mikodés BE hémérséklete (valtozd). Ezen hémérséklet alatt a rasegité
vizmelegité mindig BE van kapcsolva. A T, soha nem sillyedhet a [C-03] pont ald
vagy emelkedhet a [C-03]+[C-04] pont folé.
3°C Rogzitett hiszterézis a hészivattylrendszer és a rasegitd vizmelegitd kozotti tul
gyakori valtds megakadalyozasara
a Rasegit6 vizmelegitd aktiv
b Rdsegitd vizmelegitd inaktiv

Amennyiben a kiilsé Akkor...
hémérséklet... A hészivattyurendszerrel | A rasegité vizmelegité
végzett térfiités... bivalens jele...
ald esik T, Al Aktiv
Tc+3°C folé emelkedik Elindul Inaktiv
. INFORMACIO
l A rasegit6 vizmelegit6 engedélyezési jele az EKRP1IHBAA panelen (digitalis KI/BE PCB)
taldlhatd. Ha aktiv, az X1, X2 dramkore zarva van, ha nem aktiv, akkor nyitva. A
kontaktus sematikus helyét |asd az aldbbi dbran.
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[¢)
OFF| ON
[— |
SS1
i
Y4 O
# Kod Leiras
9.C.3 [C-03] Tartomany: —25°C~25°C, (Iépés: 1°C-onként)
9.C.4 [C-04] Tartomany: 2°C~10°C (lépés: 1°C-onként)

Minél magasabb a [C-04] értéke, annal
pontosabb az atvaltds a hészivattyurendszer és a
rasegité vizmelegit6 kdzott.

A [C-03] értékének meghatdrozdsdhoz az aldbbiak szerint jarjon el:

1 Hatarozza meg a COP (= coefficient of performance, teljesitmény
egyltthatdja) értékét az alabbi képlettel:

Képlet Példa
COP = (elektromos dram/gaz ara)® x | Ha:
vizmelegit§ hatekonysaga = Az elektromos aram dara: 20 c€/kWh

= A gdz ara: 6 c€/kWh
= Avizmelegité hatékonysaga: 0,9
Akkor: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Ugyeljen ra, hogy azonos mértékegységeket hasznaljon az elektromos dram és a gaz
arahoz (a fenti példaban mindketts c€/kWh).

2 Hatdrozza meg a [C-03] értékét a grafikon segitségével. Példaként lasd a
tablazat jelmagyarazatat.

4cop
6 35°C

55°C

1
1
1
1 1
1
1
1

[C-03]
0 14 12 10 -8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 >
v
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5, ha COP=3 és a kilép& vizhém.=35°C
b [C-03]=10,5, ha COP=3 és a kilép6 vizhém.=55°C

MEGJEGYZES
Gondoskodjon arrdl, hogy az [5-01] értéke legalabb egy 1°C-kal magasabbra legyen

allitva, mint a [C-03].

Aram- és gazarak

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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i @

INFORMACIO

Az dram- és gazarak bedllitdsdhoz NE hasznalja a bedllitdsok attekintését. Ezeket
inkdbb a mentben ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] és [7.6]) allitsa be. Az energiadrak
beallitasardl tovabbi informaciokat az Gzemeltetési kézikonyvben és a felhasznaldi
referencia-Utmutatéban talal.

i @

INFORMACIO

Szolarpanelek. Amennyiben szolarpaneleket hasznal, az elektromos aram arat
nagyon alacsonyra allitsa be, hogy a rendszer tébbet hasznalja a hészivattyut.

# Kod Leiras

[7.5.1] N/A Felhaszndldéi bedllitasok > Elektromos
aram ara>Magas

[7.5.2] N/A Felhasznaldéi bedallitasok > Elektromos
aram dara>Kozepes

[7.5.3] N/A Felhaszndléi bedllitdsok > Elektromos
aram ara>Alacsony

[7.6] N/A Felhaszndldéi bedllitasok >Gaz ara

Kazan hatékonysaga

A hasznalt vizmelegit6tél figgden ezt az alabbi mddon kell kivalasztani:

# Kod Leiras
[9.C.2] [7-05] = 0: Nagyon magas
= 1:Magas
= 2: Ko6zepes
= 3: Alacsony
= 4:Nagyon alacsony
Riasztas kimenete
Riasztas kimenete
# Kaod Leiras
[9.D] [C—09] Riasztas kimenete: A riasztas kimeneti
logikajat jelzi a digitalis KI/BE PCB-n a beltéri
egység magas szintl meghibasoddsa esetén. Az
alacsony szint( hibak (vigyazat/figyelem) NEM
kertlnek a riasztas kimenetére.
= 0 Abnormalis: A riasztds kimenete riasztas
bekovetkeztekor aktivalddik. Ezzel a bedllitassal
meg lehet kilonboztetni a riasztasi dllapotot és
az aramellatas kimaradasat.
= 1 Normdlis: A riasztds kimenete a riasztas
bekovetkeztekor NEM aktivalodik.
Lasd még az aldbbi tablazatban (A riasztas
kimenetének logikaja).
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05

209



10 | Konfiguralas

A riasztas kimenetének logikdja

[C-09] Riasztas Nincs riasztas | Az egység nem kap
tapfesziiltséget
0 Zart kimenet Nyitott kimenet Nyitott kimenet
1 Nyitott kimenet Zart kimenet

Automatikus Gjrainditas

Automatikus Gjrainditas

Az automatikus Ujrainditds funkcio aramkimaradas utan visszakeresi a kezel6felilet
aramkimaradas el6tti beallitdsait. Ezért ajanlott ennek a funkcionak az allando
engedélyezése.

Ha a kedvezményes kWh dijszabasu elektromos dram megszakitdsos, mindig
engedélyezni kell az automatikus Ujrainditas funkciot. A beltéri egység folyamatos
vezérlése a kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos dram allapotatdl figgetlenil
garantalhatd, ha a beltéri egységet kilon normdl kWh dijszabdsi elektromos
aramkorre csatlakoztatja.

# Kéd Leiras
[9.E] [3-00] Automatikus ujrainditas:
= 0:Kézi
= 1: Automatikus

Energiatakarékos funkcio

Energiatakarékos funkcio

Meghatdrozza, hogy a kiltéri egység tdpelldtdsa megszakithato-e (a beltéri egység
vezérlGje altal) Uzemszlneti allapot esetén (amikor nincs térflitési/-h(tési vagy
hasznalativiz-melegitési igény). A kiltéri egység Uzemszineti tapelldtas-
megszakitdsanak engedélyezésére vonatkozd végsé dontés a kornyezeti
hémérséklettdl, a kompresszor allapotatél és a belsd idéziték minimalis értékétdl
fugg.

Az energiatakarékos funkciéhoz engedélyezni kell az [E-08] paramétert a
felhasznaldi fellleten.

# Kéd Leiras
[9.F] [E-08] Energiatakarékos funkcio kiltéri egység
esetében:
= O: Nem
= 1: Igen

Védelmek letiltasa

Védelmi funkcidk

Az egység a kovetkezd védelmi funkciokkal van felszerelve:
= Szoba fagymentesitése [2-06]

= Tartaly fert6tlenitése [2-01]

SzerelGi referencia-Utmutato
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INFORMACIO

Védelmi funkcidk — "Szerel6 a helyszinen lizemmod". A szoftver fel van szerelve
védelmi funkciokkal; ilyen példaul a szoba fagymentesitési funkcidja. Szikség esetén
az egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkciokat.

i @

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant miikodés. A védelmi funkciok sziikség
esetén letilthatoak:

= Az elsé bekapcsolaskor: A védelmi funkcidk alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 12 éra utan a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késébbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkciokat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen bedllitdas megadasaval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkcidkat a [9.G]: Védelmek letiltasa=Nem
beadllitds megaddsaval.

# Kéd Leiras
[9.G] N/A Védelmek letiltésa:
= 0: Nem
= 1: Igen

Kényszeritett jégmentesités

Kényszeritett jégmentesités

A jégmentesitési mlivelet kézi modszerrel vald inditdsa.

# Kéd Leiras
[9.H] N/A Elinditja a jégmentesitési miveletet?
= Vissza
= OK

MEGJEGYZES
Kényszeritett jégmentesités inditasa. Csak abban az indithat kényszeritett

jégmentesitést, ha a hités Gizemmadd mar Gzemel egy ideje.

Helyszini beallitasok attekintése

Majdnem minden bedllitds elvégezheté a menlszerkezet haszndlataval. Ha
barmilyen okbdl mddositani szlkséges valamely bedllitdst a beallitdsok attekintd
felUletén, az a helyszini bedllitdasok attekinté fellletén [9.1] érheté el. Lasd:
"Bedllitas attekintésének modositasa" [» 126].

MMiI-bedllitasok exportdlasa

A konfiguracios bedllitasok exportalasa

Az egység konfigurdcids bedllitasait egy USB-memoriaeszkdzre exportalhatja az
MMI-n (a beltéri egység felhasznaldi felllete) keresztll. Hibaelharitaskor ezeket a
bedllitdsokat dtadhatja a szervizrészlegnek.

t# Kod Leiras
[9.N] Nem Az MMI-beallitdsok exportalva
alkalmazhaté |lesznek a csatlakoztatott

taroléeszkozre:

= Vissza

= 0K
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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Az MMlI-bedllitasok exportalasa

1 | Nyissa ki a felhasznaldi felllet panelét, és helyezzen be egy
USB-memoriaeszkozt.

2 | Afelhasznaldi feltleten lépjen a [9.N] MMI-beallitdsok (@s-O
exportdlasa meniponthoz.

3 | Valassza ki a OK lehet&séget.

QO
4 |Tavolitsa el az USB-memoriaeszkozt, és zarja be a felhasznaloi —
felllet panelét.
10.6.10 Belizemelés
Attekintés
Az almeni a kovetkez§ elemeket tartalmazza:
A@ Informécié [A] Beuzemelés
X Szerelsi beallitasok . P . .
- [A.1] Uzemeltetési probailizem
@ Belizemelés
& Fethasznaisi prof [A.2] Mlikodtetd probalizem
& Uzemeltetés
[A.3] Légtelenités
[A.4] Betonszaritas
A beilizemelés
Lasd: "11 Belizemelés" [» 218]
10.6.11 Felhasznaldi profil
[B] Felhasznaléi profil: Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint
modositdsa" [» 125].
Bx-SzereI(‘iibea'HilésoK [B] Fe:l'haszna’lo’i pr‘o-Fil
é Belizemelés
8 Felhasznaléi profil
d) Uzemeltetés
£} Meghibasodas
10.6.12 Uzemeltetés
Attekintés
Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:
Szerel6i referencia-Utmutatd |4 DAIKIN ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E
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Cﬂ Beiizemelés [C] UzemeltEtéS
& Felhasznalsi profil

(1) Ozomettetss [C.2] Térfltés/-hiités
[\ Meghibasodas [C3] Tarta ].y

@ Szoba

A funkcidk engedélyezéséhez vagy letiltasahoz

Az Uzemeltetési menlben egyenként engedélyezheti és tilthatja le az egység

funkcioit.
# Kéd Leiras
[C.2] Nem Térflités/-hités:
alkalmazhato |, (. i
= 1: Be
[C.3] Nem Tartaly:
alkalmazhatd |, 0 Ki
= 1:Be

10.6.13 WLAN

INFORMACIO

Korlatozas: A WLAN-bedllitasok csak akkor lathatok, ha be van szerelve egy WLAN-
kazetta vagy egy WLAN-modul.

i @

Attekintés

Az alment a kovetkez§ elemeket tartalmazza:

D

[D] Vezeték nélkiili atjard
[D.1] M6d

[D.2] Ujrainditas

[D.3] WPS

[D.4] E1tavolitds a felh6bdl
[

[

& Felhasznaldi profil
(l) Uzemeltetés

’a-:\\ Vezeték nélkiili atjaré
[\ Meghibasodas
@ Szoba

D.5] 0tthoni haldézati kapcsolat
D.6] Felh6kapcsolat

A WLAN-kazetta és a WLAN-modul ismertetése

A WLAN-kazetta vagy a WLAN-modul (a kettd kozul csak az egyikre van szlkség)
csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasznald igy a ONECTA alkalmazdason
keresztll vezérelheti a rendszert.

Ehhez az aldbbiakra van szikség a WLAN-kazetta esetén:

74NN

A\ g
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Ehhez az aldbbiakra van szikség a WLAN-modul esetén:

(e}
O e

o0 oy

AN

N
’ N
/ \

+alkalmazas

P -
P DAIKIN

a | WLAN-kazetta A WLAN-kazettat be kell helyezni a felhasznaléi
fellleten. Lasd a WLAN-kazetta szerelési
kézikonyvét.

WLAN-modul A WLAN-modult a szerelének kell felszerelnie a
beltéri egységre (az elllsé panel belsejébe). Lasd:
= A WLAN-modul szerelési kézikonyve
= Kiegészitd kézikbnyv az opcionalis
berendezésekhez
b |Utvalaszté Nem tartozék.
¢ | Okostelefon A ONECTA alkalmazast telepiteni kell a felhasznald

okostelefonjara. Lasd:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Konfiguralas

A ONECTA alkalmazds
Utmutatdsokat. Ekozben az aldbbi muveletekre és informdcidkra van szikség a

felhasznaldi fellleten:

bedllitasahoz

kovesse az alkalmazdsban megjelend

Méd: Az AP lzemmdd BEKAPCSOLASA (= a WLAN-kazetta/-modul hozzaférési
pontként miikodik) vagy KIKAPCSOLASA.

#

Kod

Leiras

(D.1]

N/A

AP lizemmoéd engedélyezése:
= Nem

= Igen

Ujrainditds: A WLAN-kazetta/-modul Ujrainditasa.

#

Kod

Leiras

(D.2]

N/A

Az atjaro ujrainditasa:
= Vissza
= OK

WPS: A WLAN-kazetta/-modul csatlakoztatdsa az Utvalasztohoz.

SzerelGi referencia-Utmutato
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# Kod Leiras
[D.3] N/A WPS:
= Nem
= Igen
. INFORMACIO
l Ez a funkcid csak akkor hasznalhato, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazas
szoftververziéja tamogatja.

Eltavolitas a felh6bo6l: A WLAN-kazetta/-modul levélasztasa a felhérél.

# Kod Leiras
[D.4] N/A Eltavolitas a felh6bdl:
= Nem
= Igen
Otthoni haldézati kapcsolat: Az otthoni haldzathoz vald kapcsolddas
allapotanak leolvasasa.
# Kod Leiras
[D.5] N/A Otthoni halézati kapcsolat:

= Levdlasztva a kovetkezorol
[WLAN_SSID]
= Csatlakoztatva a kovetkezohoz
[WLAN_SSID]

FelhGkapcsolat: A felh6hoz vald kapcsolddas dllapotdnak leolvasasa.

# Kéd Leiras
[D.6] N/A Felh6kapcsolat:
= Nem csatlakozik
= Csatlakoztatva
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E | 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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10.7 MenuUszerkezet: Felhasznaldi bedllitasok attekintése

[1] Szoba ‘)ﬂ(

Program

Ftés program
H(tés program
Fagymentesités

3

Hém. tart. beallitas [1.4] Fagymentesités
Szobai érzékel§ eltolasa | Aktivalas
Szoba kényelmi célhdmérséklete Szoba célhémérséklete
[2] F6 zona ‘)ﬂ( —= [1.5] Hom. tart. beallitas
Program Fatési minimum
Fltés program Ftési maximum
(*) Hités program (*)  Hatési minimum
Célhém.madd (*)  Hatési maximum
Fiitési IF gorbe
(*) Hatési IF gorbe —| [1.9] Szoba kényelmi célhémérséklete

IF gorbe tipusa

Fltés kényelmi célhémérséklete

[3] Kiegészits zona ‘)ﬂ( (*)  Hatés kényelmi célhémérséklete
Program
Fiités program r [7.2] Id6/datum
() H(’]téf program Ora
Célhém.mod Perc
Fatési IF gorbe Ev
(*) Hatési IF gérbe .
IF gorbe tipusa Hénap
Nap
[4] Térfatés/-hiites Nyari idGszamitas
Formatum
Uzemmad
(*) Uzemmoéd program —{ [7.3] Szabadsag
Aktivalas
[5] Tartaly A Ekkortol
Erételjes lizemeltetés Eddig:
Kényelmi célhémérséklet
Gazdasagos célhémérséklet —{ [7.4] Csendes
Ujramelegités célhémérséklet (**)  Aktivalas
Program Program
IF gorbe (**) Szint
IF gbrbe tipusa
—{ [7.5] Elektromos aram ara
[7] Felhasznaléi beallitasok 73]
Magas
Nyelv Ké
|d6/datum ] Al"zepes
Szabadsag | P acsony
Csendes rogram
Elektromos aram ara j
Gaz ara

[8] Informéacio

Energiaadatok
Hibaelézmények

[8.1] Energiaadatok

Forgalmazéval kapcsolatos informaciok Elektromos bemenet
Erzékelok Eléallitott hé
Mikodtetd egységek
Uzemmaodok
Névjegy
Csatlakozas allapota o .
Uzemidd (**)[D] Vezeték nélkili atjard
Maod

[[B] Felasznato profi || Urainditas
. - W

[C]Uzemettetes Eltavolitas a felhobl
Térfltés/-hltés Otthoni halézati kapcsolat
Tartaly Felhékapcsolat

IO Célhémérséklet képernysje
(*) Csak ah(tésre is képes modelleknél alkalmazhato
(**) Csak a szerel6 férhet hozza
(***) Csak akkor alkalmazhato, ha be van szerelve WLAN

INFORMACIO

A bedllitasok a kivalasztott szerelGi beallitasoktdl és az egység tipusatol fliggben
lathatdk/nem lathatok.

i
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10.8 MenuUszerkezet: Szerel6i bedllitasok attekintése

[9] Szerel6i beallitasok [9.2] Hasznalati meleg viz
Bedllitas varazslo Hasznélgti me’leg viz
Hasznalati meleg viz || HMV-szivatty(
Kiegészitd fitselem HMV-szivattyt program

P — Szolar
Vésziizem
Nyomaskiegyenlité || [9.3] Kiegészité fiitselem

Vizcs6 befagyasanak megel6zése

Kedvezményes elektromos aram Kiegészits fiitdelem tipusa

- — Feszliltség
Energiafogyasztas-vezérld || Beallitas
Energiamérés || Teljesitmény — 1. fokozat
Erzékelok Kiegészit6 teljesitmény — 2. fokozat
Bivalens W Egyensuly

Egyensulyi hémérséklet

Riasztas kimenete ’
Uzemeltetés

Automatikus Ujrainditas
Energiatakarékos funkcid
Védelmek letiltasa

Kényszeritett jégmentesités
Helyszini beallitasok attekintése
MMI-beallitasok exportalasa [9.6] Nyomaskiegyenlité

[9.5] Vésziizem

Vésziizem
Kompresszor kényszerkikapcsolasa

Térfltés elsébbsége
Els6bbségi hémérséklet
Eltolas BSH célhémérséklet
Ciklusok koz6tti id6é
Minimalis mikodési idé
Maximalis m(ikodési idé
Kiegészité idézitd

[9.8] Kedvezményes elektromos dram

Fltés engedélyezése

Szivattyu engedélyezése
Kedvezményes elektromos aram
Okoshalézati izemmad

Elektromos fltéelemek engedélyezése
Szobapufferelés engedélyezése
Korlatozas beallitasa kW-ban

[9.9] Energiafogyasztas-vezérld

Energiafogyasztas-vezérlé
Tipus

Korlatozas

Korlatozas 1

Korlatozas 2

Korlatozas 3

Korlatozas 4

Els6bbségi fltéelem

BBR16 aktivalasa

BBR16 teljesitménykorlatozasa

[9.A] Energiamérés

Aramfogyasztas-mér6 1
Aramfogyasztas-méro 2

[9.B] Erzékelsk

Kiils6 érzékeld
Kiils6 érzékel6 eltolasa
Atlagolasi id6

[9.C] Bivalens

Bivalens

Kazan hatékonysaga
Hémérséklet
Hiszterézis

(*) Csak a svéd nyelvre vonatkozik.

INFORMACIO

o
l A szolarkészlet bedllitdsai megjelennek, de NEM alkalmazhatdak ehhez az egységhez.
A bedllitdsokat NEM szabad hasznalni vagy megvaltoztatni.

INFORMACIO

A beadllitasok a kivalasztott szerelGi beallitasoktol és az egység tipusatol fuggben
|athaték/nem lathatok.

i @
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11 | Belizemelés

11 Belzemelés

INFORMACIO

[ ]
l Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo
részei NEM alkalmazhatok.

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési
utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzdlista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitdasokat
egésziti ki, és utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatdé a
belizemelés és a felhasznadldnak vald dtadas soran.

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy mindkét légtelenits szelep (az egyik a magneses sz(irén, a masik a
kiegészito flit6elemen) nyitva legyen.

Az 6sszes automatikus légtelenit6 szelepnek nyitva KELL maradnia a belzemelés
utan.

INFORMACIO

Védelmi funkciok — "Szerel6 a helyszinen lizemmadd". A szoftver fel van szerelve
védelmi funkcidkkal; ilyen példdul a szoba fagymentesitési funkcidja. Sziikség esetén
az egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkcidkat.

i @

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant mikodés. A védelmi funkciok sziikség
esetén letilthatdak:

= Az els6 bekapcsolaskor: A védelmi funkciok alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 12 6ra utdn a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késGbbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkciokat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen beadllitds megadasaval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkcidékat a [9.G]: Védelmek letiltasa=Nem
bedllitas megadasaval.

Lasd még: "Védelmi funkciok" [» 210].

Ebben a fejezetben

11.1  Attekintés: Betizemelés
11.2  Biztonsagi elGirasok a betizemeléskor ...

11.3  Ellendrzélista belizemelés el6tt
11.4  Ellenérzélista belizemelés kozben
11.4.1  Minimalis aramlasi sebesség..
11.4.2  Légtelenitési funkcio
11.4.3  Uzemeltetési prébaiizem...
11.4.4  Mkodtets probatzem..
11.4.5  Padloflitéses betonszéritds
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11.1 Attekintés: Belizemelés

E
k

z a fejezet leirja, hogy mit kell tennie és tudnia a rendszer Osszeszerelése és
onfiguraldsa utani belizemeléséhez.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1

2
3
4

A "Belizemelés el6tti ellendrzélista” ellenérzése.
Légtelenités végrehajtdsa.
A rendszer probalzemének végrehajtasa.

Szlkség esetén egy prébalizem végrehajtasa egy vagy tobb mikodtet egység
esetén.

SzUkség esetén padloéflitéses betonkiszaritas végrehajtasa.

11.2 Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor

INFORMACIO

Az egység elsé futtatasi periodusaban magasabb lehet a szlikséges tapellatas, mint az
egység adattabldjan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 6ra folyamatos tGizemelési id6tartamra van sziiksége a zokken6mentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

i @

MEGJEGYZES
Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsolokkal

egyltt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

MEGJEGYZES
Az egység Uzemeltetése el6tt MINDIG fejezze be a hiit6kozegesd beszerelését. Ha

NEM igy tesz, a kompresszor elromlik.

11.3 Ellendrzélista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellenérizze az aldbb felsoroltakat.
2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

Elolvasta a szerelGi referencia-Utmutatéban ismertetett teljes szerelési Utmutatast.

A beltéri egység megfelel6en fel van szerelve.

A kiiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

A kovetkezé helyszini huzalozas a jelen dokumentumban és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelen lett végrehajtva:

HENEEAEE NN

= A helyi tapellatasi panel és a kiltéri egység kozott
= A beltéri egység és kiltéri egység kozott
= A helyi tapellatasi panel és a beltéri egység kozott

= A beltéri egység és a szelepek kozott (ha alkalmazhato)

= A beltéri egység és a szobatermosztat kozott (ha alkalmazhatd)
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11 | Belizemelés

A rendszert megfelel6en foldelték, és a foldcsatlakozok meg vannak szoritva.

A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készilékek a jelen dokumentumnak
megfelelGen lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattablajan feltintetett feszlltséggel.

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsoléddobozban.

NINCSENEK sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek a kiltéri és beltéri egységben.

Az F1B kiegészitd flit6elem halézati megszakitéja (nem tartozék) BE van kapcsolva.

NINCS hiitékozeg-szivargas.

A hiit6kozegcsovek (gaz és folyadék) hészigetelve vannak.

A megfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek megfelel§en szigetelve vannak.

NINCS vizszivargas a beltéri egységen bell.

Az elzardszelepek megfelelGen vannak beszerelve, és teljesen nyitva vannak.

Az elzardszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen teljesen nyitva vannak.

A légtelenitd szelep nyitva van (legalabb 2 fordulattal).

A nyomascsokkentd szelep kilriti a vizet, ha megnyitjak. Tiszta viznek KELL tavoznia.

O oo oo oy oo oo oy oy o

A minimalis vizmennyiség minden korilmények kozott garantalt. Lasd: "A vizmennyiség és
az aramladsi sebesség ellendrzése" a kovetkez§ részben: "85 A vizcsovek
el6készitése" [» 84].

[]

A hasznalatimelegviz-tartaly teljesen fel van toltve.

11.4 Ellen6rzélista belizemelés kozben

]

A minimalis aramlasi sebesség a kiegészit§ flitGelem/jégmentesitési Gzemmdd sorédn
minden kortlmények kozott garantalt. Lasd: "A vizmennyiség és az aramlasi sebesség
ellenérzése" a kovetkez§ részben: "8.5 A vizcsovek elGkészitése" [» 84].

Légtelenités végrehajtasa.

Prdobaiizem végrehajtésa.

Miikodtets egység probailizemének végrehajtasa.

HEREEREE NN

Padléfiitéses betonszaritas funkcio

A padlofiitéses betonszaritas funkcid elindult (sziikség esetén).

11.4.1 Minimalis dramlasi sebesség

Rendeltetés

A megfelel6en mikods kezelGegységhez fontos ellendrizni, hogy az elérte-e a
minimalis dramladsi sebességet. Ha szikséges, moddositsa a megkeril6szelep
bedllitasait.

Sziikséges minimalis dramlasi sebesség

12 I/min

SzerelGi referencia-Utmutato
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11 | Belizemelés

A minimalis aramlasi sebesség ellendrzése: kiegészit6é zona (kotelezd)

1

A hidraulikai beallitds alapjan ellenérizze, hogy mely térf(itési
korok zarhatodk le mechanikus, elektronikus vagy mas
szelepekkel.

Zarja le az dsszes lezarhato térfités kort.

Inditsa el a szivattyu préobalzemét (lasd: "11.4.4 Mkodtets
probalzem" [» 224]).

Olvassa le az dramlas sebességét’® és a sziikséges +2 I/min
minimalis dramlasi sebesség eléréséhez mddositsa a
megkerilSszelep beallitasat.

@ A szivattyl probalizeme soran az egység az dramlasi sebesség sziikséges minimalis szintje

alatt is Gzemeltethetd.

A minimalis aramlasi sebesség ellendrzése: f6 z6na (ajanlott)

i

INFORMACIO

sziikséges minimalis aramldsi sebesség garantalhato legyen.

A kiegészit6é zona szivattyuja biztositja, hogy az egység megfelel6 mikodéséhez

A hidraulikai bedllitds alapjan ellendérizze, hogy mely térf(tési
korok zarhatdk le mechanikus, elektronikus vagy mas
szelepekkel.

Zarja le az 6sszes lezarhato térflités kort (lasd az el6z8 l1épést).

Hozzon létre egy termosztatkérést csak a f6 zonan.

Varjon 1 percet, amig az egység stabilizalédik.

i [ A W(N

Ha a kiegészit6 szivattyl még mindig besegit (a jobboldali
szivattydn lévé zold LED BE van kapcsolva), novelje az aramlast,
amig a kiegészit6 szivattyd mar NEM segit be (a LED Kl van
kapcsolva).

Lépjen a [8.4.A] ponthoz: Informacid > Erzékeldk >
Aramlassebesség.

QO

Olvassa le az dramlasi sebességét, és a szlikséges +2 |/min
minimalis dramlasi sebesség eléréséhez mddositsa a
megkerilSszelep beallitasat.

11.4.2 Légtelenitési funkcio

Rendeltetés

Az egység belizemelésekor és felszerelésekor nagyon fontos, hogy minden levegé
tdvozzon a vizkorbdél. Amikor a légtelenitési funkcié fut, a szivattyl az egység
tényleges mikodése nélkil Uzemel, és megkezdddik a levegé eltdvolitdsa a
vizkorbdl.

@ MEGJEGYZES

A légtelenités elinditasa el6tt nyissa meg a biztonsagi szelepet, és ellenérizze, hogy a
kérben elegendd viz van-e. Csak akkor indithatja el a |égtelenitési folyamatot, ha a

szelepbdl kinyitas utan jon viz.
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Kézi vagy automatikus

A légtelenitésnek 2 modja van:

= Kézi: A szivattyUsebességet alacsony vagy magas értékre dllithatja. A kort (a 3-

s s

térf(ités és a tartaly (hasznalati meleg viz) korében is végre kell hajtani.

= Automatikus: Az egység automatikusan valtoztatja a szivattylUsebességet és dllitja
a 3-jaratu szelep pozicidjat a térf(itési és a haszndlatimelegviz-kor kozott.

i

INFORMACIO

Az automatikus Gzemmodban torténd légtelenitéskor az elsé légtelenités mindig a f6
zénara, a masodik elinditott |égtelenités pedig mindig a kiegészité zonara vonatkozik.
A hasznélatimelegviz-tartaly korének légtelenitéséhez vélassza az [A.3.1.5.2]
Kor=Tartaly lehetGséget a kézi Iégtelenités inditdsakor a f6 zondban vagy a
kiegészitd zénaban.

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer légtelenitése a kdvetkez6kbdl allhat:

1

Kézi légtelenités végrehajtdsa

2 Automatikus légtelenités végrehajtasa

i

INFORMACIO

Kezdje a kézi légtelenités végrehajtasaval. Ha mar majdnem az Gsszes levegd
tdvozott, hajtson végre automatikus légtelenitést. Szikség esetén ismételje az
automatikus légtelenitést addig, amig meg nem bizonyosodott arrél, hogy az 6sszes
leveg6 tavozott a rendszerbdl. A légtelenitési folyamat alatt NEM érvényes a
szivattyu [9-0D] sebességkorlatozasa.

A légtelenitési funkcid 30 perc elteltével automatikusan ledll.

i

INFORMACIO

A legjobb eredmény elérése érdekében kilon légtelenitsen minden kort.

Kézi légtelenités végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(ikoédés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly

miveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa” [» 125].
2 |Lépjen az [A.3] pontra: Belizemelés > Légtelenités. (Qe-O
3 |Amenlben konfigurdlja a Tipus = Kézi bedllitast. 0@
4 |Vidlassza kia Légtelenités elinditdsa lehetdséget. Q-0
5 |Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. (@O
Eredmény: A légtelenités elindul. Automatikusan leall, ha
elkészult.

SzerelGi referencia-Utmutato

222

4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05



11 | Belzemelés

6 |Kézi mikodtetés kdzben: HGEHe)
= Valtoztathatja a kivant szivattylsebességet.
= A kor valtasat kézzel kell elvégeznie.

A beallitdsok médositasahoz a légtelenités soran nyissa meg a
ment, és lépjen az [A.3.1.5]: Bedllitasok pontra.

= Léptessen a KOr pontra, és dllitsa Tér/Tartdly értékre. ©:--0

= Léptessen a Szivattyu sebessége pontra, és allitsa 10---0
Alacsony/Magas értékre. O @1

7 |Alégtelenités manudlis ledllitasa: —

1 | Nyissa meg a menUt, és lépjen a Légtelenités QO
leallitasa menUponthoz.

2 | Valassza az OK gombot a megerdsitéshez. QO

INFORMACIO

Az automatikus tzemmaodban térténd légtelenitéskor az elsé Iégtelenités mindig a f6
zonara, a masodik elinditott légtelenités pedig mindig a kiegészit6 zonara vonatkozik.
A haszndlatimelegviz-tartaly korének légtelenitéséhez valassza az [A.3.1.5.2]
Kor=Tartaly lehetGséget a kézi Iégtelenités inditdsakor a f6 zondban vagy a
kiegészitd zonaban.

i @

Automatikus légtelenités végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(ikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés menibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 125].

2 |Lépjen az [A.3] pontra: Belizemelés > Légtelenités. Q- O
3 | A menlben konfigurélja a Tipus = Automatikus bedllitast. Q@)
4 |Valassza kia Légtelenités elinditdsa lehetdséget. Q-0
5 |Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. @O

Eredmény: A [égtelenités elindul. Automatikusan leall, ha
elkészilt.

6 |Alégtelenités manudlis ledllitasa: —

1 |Lépjenamenl Légtelenités leallitasa pontjara. Q-0

2 | Vélassza az OK gombot a meger@sitéshez. HGEe)

11.4.3 Uzemeltetési prébatizem

Rendeltetés

Az egység megfelel6 mikodésének ellenérzése érdekében  végezzen
probalzemeket az egységen, és felligyelje a kilépd viz és a tartaly hGmérsékletét. A
kovetkez8 probalizemeket kell elvégezni:

= Fltés

= H(ités (ha van)
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= Tartaly

INFORMACIO

°
l A probalizem csak a kiegészit6 hémérsékleti zonat érinti.

Uzemeltetési prébaiizem végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(ikédés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa” [» 125].

2 |Lépjen az [A.1] pontra: Belizemelés > Uzemeltetési Q-0
proébaiizem.

3 | Valasszon ki egy probalizemet a listabdl. Példa: Fltés. HGRe)

4 |Vdlassza az OK gombot a meger@sitéshez. QO

Eredmény: A probalzem elindul. Automatikusan leall, ha
elkészllt (30 perc).

A prébaizem manualis ledllitdsa: —

1 |Lépjen a menl Prdobalizem leallitdsa pontjara. HGEe)
2 | Vélassza az OK gombot a megerésitéshez. e

INFORMACIO

Ha a kiltéri h6mérséklet az izemelési tartomanyon kivil esik, az egység esetleg NEM
mkaodik, és NEM képes a vart kapacitast szolgaltatni.

i @

A kilépé viz és a tartaly hGmérsékletének megfigyelése

A prébalzem soran az egység megfeleld miikodése a kilépd viz (fltési/hltési mod)
és a tartaly (hasznalati meleg viz Gzemmadd) hémérsékletének megfigyelésével
ellendrizhetd.

A hémérsékletek megfigyelése:

1 |Lépjen a meni Erzékel8k pontjara. QO
2 |Valassza a h6mérsékletadatokat. QO

11.4.4 MUkodtetd probatizem

Rendeltetés

A mikodtetd egységek préobalzemével a kilonbdzd egységek mukodését
ellendrizheti. A Szivattyu kivalasztdsakor példaul elindul a szivattyu
prébalzeme.

Mikodteto egység probaiizemének végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden mikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartdly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Installer értékre. Lasd: —
"A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 125].
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2 |Lépjen az [A.2] pontra: Belizemelés > Mikodtetd QO
probalizem.

3 | Vdlasszon ki egy probalzemet a listabdl. Példa: Szivattyu. HFe)

4 |Vdlassza az OK gombot a megerdsitéshez. @s-O

Eredmény: A mikodtets egység prébalizeme elindul.
Automatikusan leall, ha elkészult (+30 perc).

A prébatzem manudlis leallitdsa: —

1 |Lépjen a menl Prébalizem ledllitdsa pontjara. QO
2 | Vélassza az OK gombot a meger@sitéshez. @s-O

Lehetséges miikodtet6egység-probalizemek
= Kiegészitd flit6elem 1-prébalzem
= Kiegészitl fltbelem 2-probalizem

= Szivattyu-prébatzem

INFORMACIO

°
l Gy6z6djon meg rola, hogy az Gsszes levegdt kiengedte a prébalizem végrehajtasa
elétt. Valamint kerulje a probatizem folyaman a vizkér megzavarasat.

= Lekapcsoldszelep-prébatizem

Valtoszelep-prébalzem (a térflités és a tartalyflités kozotti valtasra vald 3-
jaratu szelep)

= Bivalens jel-probalzem
= Riasztas kimenete-prébaiizem

H/F jel-prébailzem
= HMV-szivattyu-prébatzem

11.4.5 Padléf(itéses betonszaritas

A padldfiitéses betonszaritas

Rendeltetés

A padléfiitéses (UFH) betonszaritdas funkcioval a padléfiités rendszer betonja
szarithato ki a hazak épitésekor.

MEGJEGYZES
A szerel( felelGssége:

" a cement gyartojaval torténd kapcsolatfelvétel a maximdlisan engedélyezett
hémérséklettel kapcsolatban a cement repedezésének elkeriilése érdekében,

" a padlofiitéses betonszaritds programozasa a cement gyartoja altal megadott
kezdeti flitési Utmutatasai alapjan,

® a beallitas helyes miikodésének ellenérzése szabdlyos id6kozonként,

= acement tipusanak megfelel6 program végrehajtdsa.
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11 | Belizemelés

Padlofiitéses (UFH) betonszaritas a kiiltéri egység lizembe helyezése el6tt és
kozben

A padloflitéses (UFH) betonszaritas funkcié a kiltéri szerelés befejezése nélkil is
végrehajthatd. Ebben az esetben, a kiegészit§ flit6elem végrehajtja a beton
szaritast és a kilépd viz szallitdsat a hészivattyd mikodése nélkil.

A padlofiitéses betonkiszaritas programozasa

IdGtartam és homeérséklet

A szerel§ legfeljebb 20 lépést programozhat be. Minden [épés esetén meg kell
adnia:

1 azid6tartamot érakban, amely legfeljebb 72 dra,

2 akivant kilépd vizhémérsékletet, amely legfeljebb 55°C.
Példa:

TA 2an (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Akivant kilép6 vizhémérséklet (15~55°C)
t Id6tartam (1~72 6)

(1) 1. mlveletilépés

(2) 2. mduveletilépés

Lépések

1 |Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 125].

2 |Lépjenaz [A.4.2] pontra: Belizemelés >Betonszaritas > QO
Program.

3 |Hozza létre a programot: —

Uj lépés hozzaadasahoz valassza ki a kdvetkezd Ures sort, és
modositsa az értékét. Egy |épés és az azt kovetd Osszes |épés
torléséhez allitsa be az id6tartamat "-" értékre.

= Gorgesse végig a programot. ©:--0

= Allitsa be az idStartamot (1 és 72 dra kozott) és a O--- 0}
hémérsékletet (15°C és 55°C kdzott).

4 | Nyomja be a bal oldali teker6kapcsolét a program mentéséhez. Q-0

Padlofiitéses betonszaritas végrehajtasa

INFORMACIO
* Ha az Vészlizem beallitasa Kézi ([9.5.1]=0), és az egység szlikséghelyzeti izemet

inditana, a felhaszndldi felllet megerd@sitést kér az Uzem inditdsa el6tt. A
padlofiitéses betonszaritds funkcid akkor is aktiv marad, ha a felhasznaldé NEM
erdsiti meg a szlikséghelyzeti Gzemet.

= A padloflitéses betonszaritds folyamata alatt NEM érvényes a szivattyu [9-0D]
sebességkorlatozasa.
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11 | Belzemelés

MEGJEGYZES

Padléflitéses betonszaritas végrehajtasdhoz a szobai fagyvédelmet le kell tiltani
([2-06]=0). Alapértelmezés szerint engedélyezve van ([2-06]=1). A "szerel6 a
helyszinen" Gzemmaod miatt azonban (lasd: "Belizemelés") a szobai fagyvédelem 12
orara automatikusan le lesz tiltva az elsé bekapcsolast kovetéen.

Ha a betonszéritast az elsé bekapcsoldst kovetd 12 dra eltelte utan kell végrehajtani,
a szobai fagyvédelmet manudlisan kell letiltani a [2-06] beallitas O értékre allitasaval,
és letiltott allapotban kell TARTANI, amig a betonszaritds véget nem ér. Ezen
figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasa a beton megrepedezéséhez vezet.

®

MEGJEGYZES

Ahhoz, hogy elindulhasson a padloflitéses betonszaritas, ellenérizze az alabbi

bedllitasok meglétét:
= [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
= [4-01]#1

Lépések

Feltételek: A padloéfiitéses betonkiszaritds program be van allitva. Lasd: "A
padl6flitéses betonkiszaritas programozasa" [» 226].

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(kodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés menibe, és kapcsolja ki a Térfiités/-hiités és a Tartdaly
mdveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 125].
2 |Lépjen az [A.4] pontra: Belizemelés > Betonszaritas. Q-0
3 |Valassza kia Betonszaritas inditasa lehetséget. @s-O
4 |Vdlassza az OK gombot a meger6sitéshez.
Eredmény: A padloflitéses betonszaritas elindul.
Automatikusan ledll, ha elkészilt.
5 | A padléfiitéses betonszaritds kézi ledllitasa: —
1 | Nyissa meg a menUt, és Iépjen a Betonszaritas @O
leallitasa menUponthoz.
2 | Vélassza az OK gombot a meger@sitéshez. HGEe)
A padloéfiitéses betonkiszaritas allapotanak leolvasasa
Feltételek: A beton padléfiitéses szaritasat hajtja végre.
1 | Nyomja meg a vissza gombot. -

Eredmény: Megjelenik egy diagram, amely a betonszaritas
program aktuadlis |épését, a teljes hatralévd id6t és a kilépd viz

aktualis kivant h6mérsékletét mutatja.
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11 | Belizemelés

2 |Nyomja be a bal oldali tekerékapcsoldot a meniszerkezet QO
megnyitdsahoz, illetve:

1 | Az érzékelSk és miikodtetSegységek allapotanak —
megtekintéséhez.

2 | Az aktualis program modositasahoz —

A padléfiitéses (UFH) betonszaritas leallitasa

U3 hiba

Amikor a program hiba vagy az Gzemeltetés leallitdsa miatt ledll, akkor az U3 hiba
jelenik  meg a felhasznaldi fellileten. A hibakédok jelentését 1asd:
"14.4 Hibaelharitds a hibakddok alapjan" [» 245].

Aramkimaradds esetén nem jelenik meg az U3 hiba. Az &ramszolgaltatas
helyredllasat kovetéen az egység automatikusan Ujrainditja a legutdbbi lépést,
majd folytatja a programot.

A padlofiitéses (UFH) betonszaritas leallitasa

A padléfitéses betonszaritds kézi ledllitasahoz:

1 |Lépjen az[A.4.3] pontra: Belizemelés > Betonszaritas —

2 |Vdlassza kia Betonszaritas ledllitdsa lehetdséget. Q-0

3 | Valassza az OK gombot a megergsitéshez. e

Eredmény: A padlofiitéses betonszaritas ledll.

A padlofiitéses betonszaritas allapotanak leolvasasa

Amikor a program hiba, az Uzemeltetés ledllitasa vagy aramkimaradas miatt leall,
leolvashatja a padloflitéses betonszaritas allapotat:

1 |Lépjenaz [A.4.3] pontra: Belizemelés > Betonszaritas > Q-0
Allapot

2 | Az értékitt olvashatd le: Megallitva: + alépés, amelyben a —
padlofltéses beton szaritas le lett allitva.

3 | Mddosithatja vagy Ujraindithatja a program végrehajtasat®. —

@ Ha a padl6fiitéses betonszaritas program aramkimaradas miatt leall, majd az aramellatas
helyreall, a program automatikusan Ujrainditja az utolsoként végrehajtott lépést.
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12 | Atadés a felhasznaléonak

12 Atadas a felhasznaldnak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gy6z&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Toltse ki a szerel6i bedllitasok tablazatot (az Uzemeltetési kézikonyvben) a
tényleges beallitasokkal.

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en (Gzemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégeznie az egység karbantartasahoz.

= Magyardzza el a felhasznadlonak az Uzemeltetési kézikonyvben leirt
energiatakarékossagi tippeket.
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13 | Karbantartds és szerelés

13 Karbantartas és szerelés

INFORMACIO

[ ]
l Ez az egység csak flitésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo

részei NEM alkalmazhatok.

MEGJEGYZES
Altalanos karbantartasi/vizsgalati ellendrzdlista. Az ebben a fejezetben szerepld

karbantartasi utasitasok mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista is
elérhet6 a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek a haszndlata hitelesitést
igényel).

Az altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista az ebben a fejezetben szerepld

utasitasok kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartds soran.

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartast legaldbb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozé szabalyozdsok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabdlyok szerint az

egység hlit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékdzeg GWP-
értéke x teljes hiit6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

13.1
13.2

133
13.4

Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

Eves karbantartas
13.2.1  Kultéri egység éves karbantartasa: attekintés
13.2.2  Kultéri egység éves karbantartdsa: utasitasok
13.2.3  Beltéri egység éves karbantartdsa: attekintés
13.2.4  Beltéri egység éves karbantartdsa: utasitasok
A hasznélatimelegviz-tartaly leeresztése
A vizsz(ir6 tisztitasa hiba esetén.........

13.4.1  Avizszlrd eltdvolitasa...
13.4.2  Avizsz(rG tisztitasa hiba esetén
13.4.3  Avizszlir6 beszerelése

13.1 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozodan

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

ﬁ VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE
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13 | Karbantartds és szerelés

@ MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

13.2 Eves karbantartas

13.2.1 Kultéri egység éves karbantartasa: attekintés

A kovetkez6ket legaldbb évente ellendrizni kell:

= Hécseréld

13.2.2 Kultéri egység éves karbantartdsa: utasitasok

13.2.3 Beltéri egység

H6cseréld

A kiltéri egység hdécserélSje eldugulhat a por, szennyezddés, levelek stb. miatt.
Ajanlott a h6cseréld évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécserél tulzottan
alacsony nyomashoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

éves karbantartasa: attekintés

= Viznyomas
= Magneses szlir6/porlevalasztd
= Viznyomascsokkentd szelep

= Nyomascsokkentd szelep tomldje

A haszndlatimelegviz-tartaly nyomascsdkkentd szelepe

Kapcsolédoboz

Vizk6lerakodas eltdvolitdsa

= Kémiai fertStlenités

13.2.4 Beltéri egység éves karbantartdsa: utasitasok

Viznyomas

Ugyeljen ra, hogy a viznyomas mindig 1 bar felett legyen. Ha alacsonyabb, pétolja a
vizet.

Magneses sz(ir6/porlevalaszté

a Csavarkotés

b Madgneses hively
¢ LeeresztGszelep
d Elvezetdfedél
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13 | Karbantartds és szerelés

A magneses sz(irG/porlevélasztd éves karbantartdsa a kovetkezd tevékenységeket
tartalmazza:

* Annak ellen6rzése, hogy a magneses szlré/porlevalasztd alkatrészei
szorosan rogzitve vannak-e (a).
= A porlevalaszto Uritése az aldbbiak szerint:

Vegye le a magneses hivelyt (b).
Csavarja le az elvezetéfedelet (d).

Csatlakoztasson egy leereszt6toml6t a vizsz(ir6 aljdhoz a viz és a por
OsszegyUjtéshez egy megfelel§ taroldban (palack, lefolyd...).

4 Nyissa ki a leeresztészelepet egy par masodpercre (c).
Eredmény: A rendszer leereszti a vizet és a port.
Zarja be a leereszt6szelepet.

Csavarja vissza az elvezet6fedelet.

Csatlakoztassa vissza a magneses hlvelyt.

00 N o un

Ellendrizze a vizkdr nyomasat. Ha szikséges, toltse fel vizzel.

MEGJEGYZES
= A magneses sz(ré/porlevalasztd szivargasmentességének ellenbrzéséhez tartsa

erésen az egységet, hogy a vizcsovek NE fesziljenek.

= NE valassza le a magneses szlir6t/porlevélasztot az elzardszelepek zarasaval. A
porlevalasztd megfeleld Uritéséhez elégséges nyomas szlikséges.

= Annak érdekében, hogy ne maradjon por a porlevélasztoban, MINDIG vegye le a
magneses hivelyt.

* El6szor MINDIG csavarja le az elvezet6fedelet, és csatlakoztasson egy
leereszt6tomlGt a vizsz(rd aljdhoz, majd nyissa meg a leeresztészelepet.

INFORMACIO

Az éves karbantartas sordn nem szlkséges eltavolitani a vizsz(irét az egységhdl annak
tisztitdsdhoz. Ha azonban a vizsz(ir6 meghibasodik, esetleg érdemes eltavolitani,
hogy alaposan kitisztithato legyen. Ebben az esetben a kovetkezéképp kell eljarnia:

i @

= "13.4.1 A vizsz(irg eltavolitasa" [» 234]

= "13.4.2 A vizsz(r6 tisztitasa hiba esetén" [» 235]

= "13.4.3 A vizsz(ir6 beszerelése" [» 236]

Viznyomadscsokkento szelep

Nyissa meg a szelepet, és ellendrizze, hogy megfelel§en mikodik-e. A viz nagyon
forré lehet!

Az ellenérzési szempontok a kovetkez6k:

= A vizaramlas a nyomascsokkentd szelepbdl elég nagy, valdszinlileg nincs dugulas
a szelepben vagy a koztes csovekben.

= Koszos viz folyik kifelé a nyomascsokkentd szelepbdl:
- nyissa ki a szelepet, amig a kiaramlé viz NEM tartalmaz tobbé szennyezddést
- Oblitse ki a rendszert

Ugy gy6z8dhet meg arrél, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az ellenérzést a
tartaly felf(itési ciklusa utan hajtja végre.

Ezen karbantartds elvégzése gyakrabban ajanlott.
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13 | Karbantartds és szerelés

Nyomascsokkento szelep tomlGje

Ellenérizze, hogy a nyomdascsokkents szelep tomljének helyzete megfelel§-e a viz
elvezetéséhez. Lasd: "7.4.4 A leereszt6tomld csatlakoztatdsa a leereszt6hoz" [» 69].

A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsékkent6 szelepe (nem tartozék)

Nyissa ki a szelepet.

VIGYAZAT
Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyd viz esetenként nagyon forro.

= Ellendrizze, hogy nem akaddlyozza-e valami a viz Utjat a szelepben vagy a koztes
csovekben. A nyomascsokkentd szelepbdl jové vizaramlasnak kelléen erésnek kell
lennie.

= Ellendérizze, hogy a nyomascsokkentd szelepbdl kifolyd viz tiszta-e. Has
tormeléket vagy szennyezddést tartalmaz:

- Nyissa ki a szelepet, amig a kidramlo viz nem tartalmaz tobbé tormeléket vagy
szennyez&dést.

- Oblitse &t és tisztitsa meg az egész tartalyt, beleértve a nyomdascsokkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kozotti csoveket.

Ugy gy6z8dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az ellenérzést a
tartaly felf(itési ciklusa utan hajtja végre.

INFORMACIO

[ ]
l Erre a karbantartasra évente tobbszor is ajanlott sort keriteni.

Kapcsolédoboz

= Vizsgalja 4t alaposan a kapcsoldédobozt, és keressen lathatd hibakat, példaul
meglazult csatlakozdsokat vagy sérult kabeleket.

= Ohmmérével ellendrizze, hogy jol miikodik-e a KIM, K2M, K3M és K5M védérelé
(a rendszertdl fliggben). Ha az dramellatds Kl van kapcsolva, a véddrelék minden
érintkezésének nyitott helyzetben kell lennie.

FIGYELEM
Ha a belsé huzalozas sérilt, a gyartdra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell

bizni a cseréjét.

Vizk6lerakodas eltavolitasa

A vizminGségtél és a bedllitott hémérséklettdl fliggden vizkd rakodhat le a
hécserélén a hasznalatimelegviz-tartadly belsejében, és ez korlatozhatja a
h&atadast. Emiatt bizonyos id6szakonként vizkételeniteni kell a hécserélét.

Kémiai fertGtlenités

Ha a vonatkozd jogszabalyok kémiai fert6tlenitést irnak el bizonyos esetekben,
tobbek kozott a hasznalatimelegviz-tartdly esetében, vegye figyelembe, hogy a
hasznalatimelegviz-tartdly egy rozsdamentes acélhenger. Ajanlott nem kléralapu
fert6tlenit§ haszndlata, amelyet emberi fogyasztasra szant vizzel torténd
hasznalatra engedélyeztek.
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MEGJEGYZES
A vizkélerakodas eltavolitdsakor vagy kémiai fert6tlenitéskor tovabbra is kizérélag a

2020/2184 EU-iranyelvnek megfelel6 minéség(i vizet hasznaljon.

13.3 A hasznalatimelegviz-tartaly leeresztése

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A viz a tartdlyban nagyon forro lehet.

El6feltétel: Allitsa le az egység m(ikodését a felhasznaldi feliilet hasznalataval.
El6feltétel: Kapcsolja Kl a megfelel§ daramkori megszakitot.

El6feltétel: Zarja el a hidegviz-ellatdszelepet.

El6feltétel: Nyissa meg az 0sszes melegviz-ledgazdpontot, hogy levegd juthasson a
rendszerbe.

1 Tavolitsa el a felsd panelt, a felhasznaloi felllet paneljét és az elllsé panelt.
2 Engedje le a kapcsolddobozt.

3 Tavolitsa el az elzardszelepet a tartaly nyilasardl.

4

Egy leereszt6tomlb és egy szivattyl segitségével eressze le a tartalyt annak
nyildsan keresztul.

a Atartaly nyildsa

13.4 A vizszUro tisztitasa hiba esetén

INFORMACIO

i @

Az éves karbantartas sordn nem szlkséges eltavolitani a vizsz(irét az egységhdl annak
tisztitdsahoz. Ha azonban a vizsz(ir6 meghibasodik, esetleg érdemes eltavolitani,
hogy alaposan kitisztithato legyen. Ebben az esetben a kovetkezéképp kell eljarnia:

= "13.4.1 A vizsz(irg eltavolitasa" [» 234]
= "13.4.2 A vizszUr6 tisztitasa hiba esetén" [» 235]

= "13.4.3 A vizszlir6 beszerelése" [» 236]

e

13.4.1 A vizsz(rd6 eltavolitasa

El6feltétel: Allitsa le az egység miikodését a felhasznaldi feliilet hasznalataval.
El6feltétel: Kapcsolja Kl a megfelel§ daramkdri megszakitot.

1 Avizsz(r6 a kapcsoldodoboz mogott taldlhatd. Az eléréséhez 1asd:
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= "7.2.4 A beltéri egység felnyitdsa" [» 58]
= "7.2.5 A beltéri egység kapcsolddobozanak leengedése" [» 60]

Zarja el a vizkor elzardszelepeit.
Zarja el a vizkor tagulasi tartaly irdnyaba vezetd szelepét (ha fel van szerelve).
Tavolitsa el a kupakot a magnesen szlr6/porlevalasztd aljardl.

Csatlakoztasson egy leereszt6tomlét a vizsz{rd aljahoz.

A U1 A W N

Nyissa meg a szelepet a vizsz(ir6 aljan a viz leeresztéséhez a vizkorbél. Egy
palackba, lefolyéba... stb. vezesse le a leeresztett vizet a felszerelt
leereszt6cs6 hasznalataval.

7 Tavolitsa el a vizsz(r6t rogzits 2 bilincset.

a Rogzit6kapocs
b Magneses sz(ir6/porlevalasztd

8 Tavolitsa el a vizsz(irét.

9 Tavolitsa el leeresztécsovet a vizsz(irdrol.

MEGJEGYZES
Bar a vizkor le van eresztve, valamennyi viz kifréccsenhet, amikor a magneses sz(rét/

porlevalasztot kiveszi a sz(r6 hazabdl. MINDIG torélje fel a kifroccsent vizet.

e

13.4.2 A vizsz(r6 tisztitdsa hiba esetén

1 Tavolitsa el a vizszlrét az egységhdl. Lasd: "13.4.1 A vizsz(r6
eltavolitasa" [» 234].

MEGJEGYZES
A magneses sz(ir6hdz/porlevalasztohoz csatlakoztatott csovek sérilés elleni védelme

érdekében javasolt ezt az eljarast Ugy végrehajtani, hogy a magneses sz(irét/
porlevalasztot eltavolitotta az egységhdl.

2 Csavarja le a vizsz(r6 hazanak aljat. Szikség esetén hasznaljon valamilyen
célszerszamot.

MEGJEGYZES
A magneses sz(iré/porlevélaszté felnyitdsa CSAK sdlyos hibak esetén szikséges. Ezt az

eljarast a magneses sz(ir/porlevélaszté teljes élettartama soran remélhetéleg
egyszer sem kell végrehajtani.
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a Akicsavarandd also rész
b Vizsz{ré haza

3 Tavolitsa el a szitdt és a feltekert sz(ir6t a vizsz(ir§ hazabdl, és tisztitsa meg
vizzel.

4 Helyezze be a feltekert sz({r6t és a szitat a vizszlr6 hazaba.

INFORMACIO

°
l A szitdt megfelelSen igazitsa el a magneses szliré/porlevélaszté hazaban a
kiemelkedések segitségével.

a Feltekert sz(ir6
b Sz(ir6
¢ Kiemelkedés

5 Helyezze be és megfelel6en szoritsa meg a vizsz(ir§ hazanak aljat.

13.4.3 A vizsz(r8 beszerelése

MEGJEGYZES
Ellenérizze a tomitégydrlik allapotdt, és szlkség esetén cserélje le azokat. A

beszerelés el6tt vizezze be vagy kenje be szilikonzsirral az O-gy(riket.

1 Avizsz{r6t a megfelel§ helyre helyezze be.
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a Rogzit6kapocs
b Maégneses sz(r6/porlevalaszto
¢ Légtelenits szelep

2 Helyezze be a vizsz(ir6t a vizkor cséveihez rogzité 2 bilincset.
Ellendrizze, hogy a vizsz(ir§ légtelenits szelepei nyitott alldsban vannak-e.

Nyissa meg a vizkor tdguldsi tartdly irdnyaba vezet§ szelepét (ha fel van
szerelve).

VIGYAZAT
Mindenképp nyissa meg a tagulasi tartdly irdnydba vezetd szelepet (ha fel van

szerelve), maskulonben tulnyomas keletkezik.

5 Zarja el az elzérdszelepeket, és szlkség esetén toltse fel vizzel a vizkort.
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14 Hibaelharitas

INFORMACIO

részei NEM alkalmazhatok.

[ ]
l Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum h(itéssel foglalkozd

Ebben a fejezetben

14,1 Attekintés: HIDABINATAS ........ov.vvieeeieee e

14.2  Biztonsagi el6irasok hibaelharitas esetén..
14.3  Problémék megoldésa tiinetek alapjan
14.3.1  Jelenség: Az egység NEM fiit vagy hiit kielégitéen
14.3.2  Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant hémérsékletet ...
14.3.3  Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)
14.3.4  Jelenség: A rendszer bugyborékold hangokat ad ki a betizemelés utan
14.3.5  Tinet: A szivattyu zajos (kavitacio)
14.3.6  Tlnet: Kinyit a nyomascsokkenté szelep
14.3.7  Tlnet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep
14.3.8  Tlnet: A helyiség flitése NEM megfeleld alacsony kiils6 hémérséklet esetén
14.3.9  Tunet: A ledgazépontban a nyomas dtmenetileg szokatlanul magas
14.3.10 Tunet: A dekoracids elemek elmozdulnak a tartaly megnagyobboddasa miatt
14.3.11 Tunet: A tartaly-fertétlenitési funkcié NEM fejez6dott be megfelelGen (AH-hiba)
14.4  Hibaelharitas a hibakddok alapjan
14.4.1  Slgdszoveg megjelenitése hibds miikodés esetén

1482 HIDAKOAOK: ATEEKINTES .........ovvvoeeeoeceieeesse s

14.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.
A kovetkez6krél tartalmaz informaciokat:
= Problémak megolddsa tiinetek alapjan

= Problémak megolddsa hibakddok alapjan

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult

csatlakozdsokat vagy sérult kabeleket.

14.2 Biztonsagi elGirasok hibaelharitas esetén

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

SzerelGi referencia-Utmutato
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FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az

egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsdgi eszkoz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

FIGYELEM
A hdémegszakitd véletlen visszaallitdisa miatti balesetek elkertléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoléeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkoérhoz, amelyet a kézmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

14.3 Problémak megoldasa tlinetek alapjan

14.3.1 Jelenség: Az egység NEM f(it vagy h(it kielégitéen

Lehetséges okok Teendd

A hémérséklet-bedllitds NEM megfelel§ | Ellendrizze a h6mérsékleti beallitasokat
a taviranyiton. Lasd az Gzemeltetési
kézikonyvet.
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Lehetséges okok

Teend6

A vizdramlas tul lassu

Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez8krdl:

= A vizkor elzardszelepei teljesen nyitva
vannak-e.

= A vizsz(ir§ tiszta-e. Tisztitsa meg, ha
szUkséges.

= Nincs-e leveg6 a rendszerben.

Szlkség esetén légtelenitsen.
Légtelenithet kézi moddszerrel (lasd:
"Kézi légtelenités

végrehajtasa" [» 222]) vagy az
automatikus  légtelenitési  funkcio
hasznalataval (lasd: "Automatikus
légtelenités végrehajtdsa" [» 223]).

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.
= NEM sérilt a tagulasi tartaly.

= Avizkor tagulasi tartdly iranyaban lév§
szelepe (ha fel van szerelve), nyitva
van.

= A vizkor ellendlldsa NEM nagy a
szivattyl szamdra (lasd: ESP-gorbe a
"M{szaki adatok" szakaszban).

Ha a fentiek ellenérzését kdvetben a
probléma nem szlinik meg, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazojaval. Bizonyos
esetekben normalis, ha az egység
lassabb vizaramlas haszndlata mellett
dont.

A rendszerben |évé viz mennyisége
kevés

Ellendrizze, hogy a rendszer teljes
vizmennyisége meghaladja-e a
szUkséges minimalis vizmennyiséget
(lasd: "8.5.3 A vizmennyiség és az
aramldsi sebesség ellendrzése" [» 87]).

14.3.2 Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant h6mérsékletet

Lehetséges okok

Teend6

Meghibasodott az egyik
tartalyhémérséklet-érzékeld.

A tovabbi teendbkrél az egység
karbantartasi kézikonyvébdl
tajékozddhat.

SzerelGi referencia-Utmutato
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14.3.3 Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)

Lehetséges okok

Teend6

A kompresszor nem tud elindulni, ha a
vizh6mérséklet tul alacsony. Az egység
el@szor a kiegészitd flitéelemmel
igyekszik elérni a minimalis
vizhémeérsékletet (12°C), hogy a
kompresszor el tudjon indulni.

Ha a kiegészité fit6elem sem indul el,

ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a

kovetkez&krél:

= A kiegészité fltSelem tdpellatasanak
huzalozdsa megfeleld.

= NEM  aktivalédott a
flt6elem hévéddje.

kiegészit6

= A kiegészit6 flt6elem védéreléi NEM
hibasodtak meg.

Ha a probléma tovabbra is fennall,
forduljon a forgalmazohoz.

A kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos dramra vonatkozo
beadllitasok és az elektromos
csatlakozasok NEM egyeznek

Ennek meg kell felelnie a
kovetkez&kben leirt csatlakozasoknak:

= "93.1 A
csatlakoztatdsa" [» 104]

tapellatas

= "9.1.5 Kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos dram" [» 98]

= "9.1.6 Az elektromos csatlakozasok
attekintése a  kuls6 mdkodtetd
egységek kivételével" [» 99]

Az elektromos szolgaltatotol a
kedvezményes kWh dijszabas jele
érkezik

Az egység felhasznaloi fellletén Iépjen
az [8.5.B] Informdcid > Mikodteto
egységek >Zaro kontaktus
menUponthoz.

Ha a Zard kontaktus Be, az egység a
kedvezményes kWh-dijszabasban
Gzemel. Varja meg, hogy Ujra legyen
aram (legfeljebb 2 éra).

A hasznalati meleg viz (beleértve a
fertétlenitést is) és a térflités izemmaod
a program szerint egyszerre indul el.

Mddositsa a programot, hogy a két
GUzemmod ne egyszerre induljon el.

14.3.4 Jelenség: A rendszer bugyborékold hangokat ad ki a belizemelés utan

Lehetséges ok

Teendd6

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitse a rendszert.”

Helytelen hidraulikus egyensuly.

Csak szerel6 végezheti el:

1 Hidraulikus nyomaskiegyenlitést kell
végezni annak érdekében, hogy az
aramlds megfelel6en legyen
elosztva a kibocsatok kozott.

2 Ha a hidraulikus nyomaskiegyenlités

onmagaban nem elegendd,
modositani kell a

szivattyukorlatozasi bedllitasokat
([9-0D] és [9-0E], ha van).
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Lehetséges ok Teendd
Kilonboz6 hibak. Ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet

kezdéképernydjén lathato-e Al vagy AN
jelzés. Tovabbi informacidk a hibardl:
"14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibas
mUkodés esetén" [» 246].

@ Javasoljuk a rendszer légtelenitését az egység légtelenitési funkcidjaval (ezt a szerelének

kell elvégeznie). A hékibocsatok vagy -gydjték légtelenitésekor tigyeljen a kovetkezékre:

FIGYELEM
Hokibocsatok vagy -gylijték légtelenitése. A hdkibocsatok vagy -gydjték

|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhaszndloi felllet kezdGképernydjén lathato-e
&vagy&jelzés.

® Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a |égtelenitést.

* Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez hasznalni kivant szoba megfelel
szell6zésérdl. Ok: A hlit6anyag beszivaroghat a vizkérbe, majd a szobaba, amikor
|égteleniti a hékibocsatokat vagy -gydjtdket.

14.3.5 Tunet: A szivattyu zajos (kavitacio)

Lehetséges okok Teendé
Levegd van a rendszerben Légtelenitsen kézi mddszerrel (lasd:

"Kézi légtelenités végrehajtasa" [» 222])
vagy az automatikus légtelenitési
funkcio hasznalataval (lasd:
"Automatikus légtelenités
végrehajtasa" [» 223]).

Tul alacsony a szivattyUbemeneten a Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
viznyomas kovetkez&krél:

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.
= Aviznyomas-érzékel§ nem sérilt.
= NEM sérilt a tdguldsi tartaly.

= A vizkor tdguldsi tartdly irdnyaban lévé
szelepe (ha fel van szerelve), nyitva
van.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasa jél van
bedllitva (Iasd: "8.5.4 A taguldsi tartdly
elényomasanak mddositasa" [» 90]).

14.3.6 Tunet: Kinyit a nyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok Teend6
A taguldsi tartaly sérilt Cserélje ki a tdgulasi tartalyt.
A vizkor a tagulasi tartaly iranydba Nyissa ki a szelepet.
vezetd szelepe (ha fel van szerelve),
zarva van.
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Lehetséges okok

Teendd6

A rendszerben lévé viz mennyisége tul
sok

Ellendrizze, hogy a rendszer teljes
vizmennyisége nem éri el a
megengedett maximalis vizmennyiséget
(lasd: "8.5.3 A vizmennyiség és az
aramldsi sebesség ellenérzése" [» 87] és
"8.5.4 A tagulasi tartaly el6nyomasanak
modositasa" [» 90]).

A vizkor szerelési szintktlonbsége tul
nagy

A vizkor szerelési szintkllonbsége a
beltéri egység és a vizkor legmagasabb
pontja kdzotti szintkllonbség. Ha a
beltéri egység a rendszer legmagasabb
pontja, akkor a szerelési szintkldnbség
0 m. A vizkér maximalis szerelési
szintktlonbsége 10 m.

Ellendrizze a szerelési kdvetelményeket.

14.3.7 Tlnet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teendé6

Valamilyen szennyez&dés zarja el a
viznyomascsokkentd szelepet

Ellendrizze a nyomascsdkkentd szelep
mikodését — forditsa a szelepen 1évé
piros gombot az éramutaté jarasaval

ellentétes iranyba:

= Ha NEM hall kattano hangot, jelezze a
forgalmazoénak.

= Ha az egységhdl tovabbra is omlik a
viz, akkor el6szor zadrja el a
vizbemeneten és a vizkimeneten az
elzaroszelepeket, majd értesitse a
forgalmazot.
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14.3.8 Tunet: A helyiség flitése NEM megfelel§ alacsony kiilsé hémérséklet esetén

Lehetséges okok

Teendd

A kiegészitd fit6elem nem lép
mUkodésbe

Ellen@rizze a kovetkezbt:

= A kiegészit§ flt6elem mUkodési
Uzemmadja nincs engedélyezve.

Lépjen a [9.3.8] pontra: Szereldi
beallitdasok > Kiegészitd
fitéelem > Uzemeltetés [4-00]

= A kiegészitd fit6elem tuldram esetén
aktivalodd dramkor-megszakitdja be
van kapcsolva. Ha nincs, kapcsolja be.

= NEM  aktivdlédott a  kiegészitd
ft6elem  hévédGje. Ha  igen,

ellenérizze a kovetkezéket, majd

nyomja meg a kapcsolédobozban
taldlhato visszaallitasi gombot:

- Aviznyomast
- Van-e leveg6 a rendszerben

- Alégtelenités miikodését

A kiegészit6 fit6elem egyensulyi
hémérséklete nem jol lett bedllitva

Emelje meg az egyensulyi
hémérsékletet, hogy magasabb kiltéri
hémérséklet esetén Iépjen mikddésbe
a kiegészitd flitGelem.

Lépjen a [9.3.7] pontra: Szereldi
bedllitdsok >Kiegészits
fltbelem>Egyensulyi
homérséklet [5-01]

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitsen kézi vagy automatikus
modszerrel. Lasd a légtelenitési funkcidt
a"11 Belzemelés" [ 218] szakaszban.

A hészivattyu teljesitményének tul nagy
hanyada esik a hasznalati meleg viz
fitésére

Ellenérizze, hogy a Térfilités
elsbObbsége bedllitasai megfelelen
vannak-e konfiguralva:

= Ellenérizze, hogy a Térfltés
elsGbbsége engedélyezve van-e.

Lépjen a [9.6.1] pontra: Szereldi
bedllitasok >
Nyomaskiegyenlitd > Térfités
elsébbsége [5-02]

= Novelje meg a "térflités els6bbségi

hémérsékletét", hogy magasabb
kiltéri hémérséklet esetén Iépjen
mUkodésbe a kiegészitd flitGelem.

Lépjen a [9.6.3] pontra: Szereldi
bedllitasok >
Nyomaskiegyenlitd >
ElsGbbségi hémérséklet [5-03]
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14.3.9 Tlnet: A ledgazdopontban a nyomas atmenetileg szokatlanul magas

Lehetséges okok

Teend6

Meghibasodott vagy eldugult
nyomascsokkentd szelep.

= Oblitse at és tisztitsa meg az egész
tartalyt, beleértve a nyomascsokkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kdzotti
csOveket.

= Cserélie ki a
szelepet.

nyomascsokkentd

14.3.10 Tunet: A dekoracids elemek elmozdulnak a tartaly megnagyobbodasa miatt

Lehetséges okok

Teendé6

Meghibdsodott vagy eldugult
nyomascsdkkentd szelep.

Ertesitse a helyi mérkaképviseletet.

14.3.11 Tunet: A tartaly-fert6tlenitési funkcio NEM fejez6dott be megfelelen (AH-hiba)

Lehetséges okok

Teendé6

A fert6tlenités funkcidt megszakitotta a
hasznalati meleg viz hasznalata

A fert6tlenités funkciot ugy
programozza be, hogy az induldsatdl
szamitott 4 6ran belll varhatéan NE
torténjen melegvizhasznalat.

A hasznalati melegviz nagyobb mérték
haszndlata nem sokkal a fert&tlenités
funkcio beprogramozott induldsa el6tt
fejez6dott be

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfités
mod pontban a Csak Ujramelegités
vagy a Program + Ujramelegités
van kivalasztva, ajanlott a fertétlenités
funkcio kezdetét legaldbb 4 oraval
késébbre allitani az utolsé nagyobb
melegvizhaszndlat vart id6pontjanal. Ezt
az inditast a szerel6i beallitasoknal
allithatja be (fert6tlenités funkcio).

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfités
mod pontban a Csak programvan
kivalasztva, ajanlott az Gazdasagos
mUvelet beprogramozasa 3 éraval a
fertStlenités funkcio indulasa el6ttre,
hogy elére felmelegitse a tartalyt.

A fert6tlenitési Gzem manudlisan le lett
allitva: a [C.3] Uzemeltetés >
Tartaly ki lett kapcsolva a
fertétlenités soran.

NE allitsa le a tartaly mikodését a
fertGtlenités soran.

14.4 Hibaelharitas a hibakodok alapjan

Ha az egységen hiba jelentkezik, a kezel6fellleten hibakdd jelenik meg. Fontos,
hogy a hibakdd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat és megfeleld
intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy a helyi forgalmazd

végezheti el.
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Ez a fejezet a kezelSfellleten lehetségesen megjelend hibakddok tobbségével,
valamint azok leirdsaval kapcsolatban nyujt attekintést.

i

INFORMACIO

Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibdas mikodés esetén

Hibds mikodés esetén a sulyossagtdl fliggben a kovetkezd fog megjelenni a

kezd6képernydn:

« L Hiba

= /\: Meghibasodas

A kovetkez6képpen jelenithet meg egy rovid és egy hosszu leirast a hibardl:

Eredmény: A képerny6n megjelenik a hiba rovid lefrdsa és a
hibakdd.

1 | Nyomja be a bal oldali teker&kapcsoldt a fément Q-0
megnyitasahoz, és lépjen a Meghibdasodas elemre.

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba hosszu leirasa.

2 |Nyomja meg a ? gombot a hibaképernydn. ?

14.4.2 Hibakédok: Attekintés

Az egység hibakddjai

Hibakod

Leiras

7H-01

Vizaramlasi hiba

7H-04

Vizaramldsi hiba a haszndlati meleg viz
elgallitasa alatt

7H-05

Vizaramlasi hiba a fités/mintavétel alatt

7H-06

Vizaramldasi hiba a hiités/jégmentesités alatt

80-01

Visszatérd vizhémérséklet érzékelbjének hibaja

81-00

Kilép6 vizhomérséklet érzékelSjének hibaja

89-01

A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivaloddott
jégmentesités kdzben (hiba)

89-02

A h6cseréld fagyas elleni védelme aktivalodott
flités/HMV-miikodtetés kozben. (figyelmeztetés)

89-03

A hbcseréld fagyas elleni védelme aktivalodott
jégmentesités kozben (figyelmeztetés)

89-05

A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivalddott
hiitési lizemmédban. (hiba)

89-06

DI I AR ORI DA DA AR DA RN D4R

A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivaloddott
hiitési lizemmédban. (figyelmeztetés)

SzerelGi referencia-Utmutato
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14 | Hibaelharitas

Hibakéd Leiras

8F-00 £ |A kiléps viz hémérséklete rendellenes
mértékben megemelkedik (haszndlati meleg viz)

8H-00 fi} A kilép6 viz hémérséklete rendellenes
mértékben megemelkedik

8H-01 fj} Tulmelegedd vegyes vizkor

8H-02 fj} Tulmelegedd vegyes vizkor (termosztat)

8H-03 fj} Tulmelegedd vizkor (termosztat)

A1-00 £} INullatmenet-észlelési hiba

A5-00 {tj Kiltéri egység: Nagynyomdsu csucs csokkenési /
fagyvédelmi hiba

AA-01 j{j A kiegészit6 flitbéelem tulmelegedett, vagy a
kiegészit6 fltbelem tapkabele nincs
csatlakoztatva

AC-00 fi} A segédfiit6elem tulmelegedett

AH-00 1{) A tartaly fertétlenitési funkcidja nem
fejezodott be megfelelden

AJ-03 fj} Tul hosszu a haszndlati meleg viz sziikséges
felflitési ideje

C0-00 £a) |Aramlasérzékels-hiba

C4-00 {j H6cseréld homérséklet-érzékel6jének hibaja

C5-00 4 ) |A hécseréls homérséklet-érzékeldje rendellenes
értéket észlel

CJ-02 fj} Szobahémérséklet-érzékels hibaja

E1-00 {Tj Kiltéri egység: hiba a jel panelen

E2-00 4 |Szivargs aram észlelhetd

E3-00 ) |Kiiltéri egység: A magasnyomas-kapcsold (MNYK)
aktivalddott

E3-24 {tj Magasnyomas-érzékel6 rendellenessége

E4-00 4[) Rendellenes szivényomds

E5-00 {Tj Kiltéri egység: Az inverter kompresszor
motorja tulmelegedett

E6-00 {tj Kiltéri egység: Kompresszorinditasi hiba

E7-00 {ij Kiltéri egység: A kiultéri egység
ventilatoranak motorja meghibasodott

E8-00 {Tj Kiiltéri egység: Aramforras-bemeneti
tulfesziltség

E9-00 {T} Elektronikus szabalyozdészelep meghibasodasa

EA-00 S |Kiiltéri egység: Hiités/fiités atkapcsoléjanak

hibaja
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Hibakod Leiras

EC-00 fj} A tartaly hémérséklete rendellenesen
megemelkedik

EC-04 fj} Tartdly el6melegitése

F3-00 {rj Kiltéri egység: Az elvezet6cs6 homérsékleti
hibaja

F6-00 {tj Kiltéri egység: Rendellenesen nagy nyomas hitd
médban

FA-00 {Tj Kiiltéri egység: Rendellenesen nagy nyomads,
aktivalodik a magasnyomds-kapcsolo

HO-00 4 [Kiiltéri egység: Fesziiltség/aramérzékeld hibaja

H1-00 ) |Kiils6hémérséklet-érzékels hibaja

H3-00 £ [Kiiltéri egység: Magasnyomas-kapcsolé (MNYK)
hibaja

H5-00 4{) Kompresszor tulterhelésvédelmének
meghibasodasa

H6-00 4{] Kiltéri egység: A pozicidészleld érzékeld
hibaja

H8-00 q{j Kiiltéri egység: A kompresszorbemeneti (KB)
rendszer hibaja

H9-00 qij Kiltéri egység: A kiltéri léghbmérséklet-
érzékeld hibaja

HC-00 {oY | Tartalyhomérséklet-érzékels hibdja

HC-01 £a) IMasodik tartalyhémérséklet-érzékeld hibaja

HJ-10 fi) Viznyomas-érzékeld rendellenessége

J3-00 £ [Kiiltéri egység: Az elvezetScsé nyoméoldali
hémérséklet-érzékel6jének hibaja

J6-00 4ij Kiltéri egység: A hGcserélé homérséklet-
érzékel6jének hibaja

16-07 4{) Kiltéri egység: A hbcserélsd hémérséklet-
érzékel6jének hibaja

JA-00 qij Kiltéri egység: Magasnyomas-érzékelS hibaja

L1-00 {tj Inverter jel panel meghibasodasa

L3-00 {tj Kiltéri egység: HOmérséklet-emelkedési hiba az
elektromos dobozban

L4-00 {ij Kiltéri egység: Hiba az inverter hitéracsanak
homérséklet-emelkedésében

L5-00 4 |Kiiltéri egység: Pillanatnyi tdlaram az
inverterben (egyendram)

L8-00 {ij Az inverter jel panel hévédelme altal
kivaltott hiba

L9-00 {rj Kompresszor zarolasanak megakadalyozasa

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hibakéd Leiras

LC-00 {T} Hiba a kultéri egység kommunikacids
rendszerében

P1-00 {tj Fazisszakadas, tapellatasi egyensulyhiany

P3-00 {tj Rendellenes egyenaram

P4-00 {tj Kiltéri egység: A hitéracs homérséklet-
érzékel6jének hibaja

PJ-00 {rj A teljesitménybeallitas nem egyezik

U0-00 qij Kiltéri egység: Kevés a hiit6kozeg

U1-00 4[) Fazissorrend hibaja/fazisszakadas miatti
meghibdsodas

U2-00 q{j Kiltéri egység: Hiba a tapellatas
fesziltségében

U3-00 £ |A padlofiités betonjanak kiszarité funkcidija
nem fejez6dott be megfelellben

U4-00 {j Beltéri/kultéri egységek kommunikacids hibdaja

U5-00 £} | Felhasznaléi feliilet kommunikaciés hibaja

u7-00 S [Kiiltéri egység: Atviteli hiba a f6 CPU és az
INV CPU kozott

Ug-01 {j Megszakadt a kapcsolat a helyi halézati
adapterrel

Ug-02 fj} Megszakadt a kapcsolat a szobatermosztattal

U8-03 fj} Nincs kapcsolat a szobatermosztattal

Ug-04 ﬁtI Ismeretlen USB-eszkdz

U8-05 {&) | Fajlhiba

Us-07 £&) |P1P2 kommunikaciés hiba

UA-00 1{) Beltéri és kiiltéri egység parositasanak hibaja

UA-16 fi} Kommunikacidés hiba a kiegészit6 jel panel és a
hydrobox kozott

UA-17 1{) Probléma a tartalytipussal

UA-21 ]fj Kombindcids hiba a kiegészitd jel panel és a
hydrobox kozott

UF-00 4 |Forditott csévezetékezés vagy rossz
kommunikdacids huzalozas észlelése.
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i @

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertétlenités funkcid nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkezSket ajanlott tennie:

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmod
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerelGi beallitasoknal allithatja be (fert&tlenités funkcio).

* Amikor a Csak program Gzemmadd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mUveletet 3 draval a fert6tlenités funkcid induldsa el6ttre, hogy
el6re felmelegitse a tartalyt.

®

MEGJEGYZES

Ha a minimalis vizaramlas alacsonyabb az alabbi tdblazatban megadottnal, az egység
atmenetileg leall, és a felhasznaldi feltlet a 7H-01 hibat jeleniti meg. Bizonyos id6
utan ez a hiba automatikusan alaphelyzetbe all, és az egység tovabb Gzemel.

Sziikséges minimalis aramlasi sebesség

12 I/min

i

INFORMACIO

Az AJ-03 hiba automatikusan visszaall, amint normalis a tartalymelegités.

i @

INFORMACIO

A felhasznaldi felllet jelzi, hogyan lehet a hibakddokat visszaallitani.

SzerelGi referencia-Utmutato
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15 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hlt6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6en KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Ebben a fejezetben

151 Attekintés: HUlAdEKDa NEIYEZES ... 251
152 LESZIVAEYUZAS vttt ettt st s kst s et h et s ks koA kRt s kRt e R s Rt A et h et ettt h ekttt eeens 251

15.1 Attekintés: Hulladékba helyezés

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemz&en a kdvetkez§ szakaszokbdl all:
1 Rendszer leszivattyuzasa.
2 Arendszer elszdllitdsa erre szakosodott Gzembe.

INFORMACIO

o
l Tovabbi informaciokat a karbantartasi kézikonyvben talalhat.

15.2 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd leszivattylzas
Uzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja az egységet.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

4,
\! 7
L{ Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyuzni a rendszert, és a
hiit6kozeg szivarog a hiitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden hitSkozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A m(kods kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbanasr okoz.

® Hasznaljon kilon begyljt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
tzemelni.

MEGJEGYZES
Miel6tt eltavolitand a hiit6kozegesoveket a leszivattyuzas lzemmaod soran, allitsa le a

kompresszort. Ha a kompresszor mikodik, és az elzardszelep nyitva van a
leszivattylzas sordn, levegd kerlUlhet a rendszerbe. A h(tékozegkorben fellépd
rendellenes nyomas a kompresszor meghibdsodasdhoz vagy a rendszer
karosodasdhoz vezethet.
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MEGJEGYZES
Leszivattyuzas el6tt. Az egység automata leszivattylzdsi funkcidjanak hasznalata

el6tt végezze el a kovetkezd beallitasokat:

= Allitsa be a kovetkez6t: [7-02]=1 (vagy [4.4]: Térfiités/-hiités > Zénak
szama = Kettds zona)

= Allitsa be a kévetkez6t: [C-07]=0 (vagy [2.9]: F6 zéna > Vezérlés = Kiléps
viz)

= Allitsa be a kovetkezSt: [E-08]=0 (vagy [9.F]: Szereléi bedllitasok >
Energiatakarékos funkcid =Nem)

A leszivattyuzasi Gzemmod az dsszes h(it6kozeget kivonja a rendszerbdl, és a kiltéri
egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepfedelet a folyadékelzard szeleprdl és a gazelzaro szeleprdél.
2 Helyezzen egy gy(jt6csovet a gazelzardszelepre.

3 Inditsa el a leszivattylzasi Gzemmaddot a beltéri egység felhasznaldi fellletén:

1. |Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhaszndloi jogosultsagi szint modositasa” [» 125].

2 |Lépjenaz[A.5]: Belzemelés > Leszivattyuzas pontra. Q-0
3 |Vélassza kia Leszivattyuzas lehetSséget. QO

4 |Vilassza az OK gombot a megerdsitéshez.

Eredmény: A leszivattylzasi Gzemmdd elindul. Automatikusan
ledll, ha elkészilt.

A leszivattyuzdasi Gzemmodd manudlis kikapcsolasahoz: —

1 |Lépjen a menl Leszivattyuzds ledllitasa pontjara. Q-0
2 | Vélassza az OK gombot a megerésitéshez. e

4 5-10 perc utan (nagyon alacsony (<-10°C) kilsé hémérséklet esetén elegendd
1-2 perc is) zarja el a folyadékelzaro szelepet egy imbuszkulccsal.

Ellendrizze a vakuum elérését a gy(jtécsovon.

6 2-3 perc elteltével zdrja el a gazelzard szelepet, és allitsa le a leszivattyuzasi
Gzemmodot.

Folyadékelzaré-szelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepfedél
Gazelzarészelep

a
b
c
d
e
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16 MUszaki adatok

INFORMACIO

Ez az egység csak fltésre alkalmas modell. Ezért a dokumentum hitéssel foglalkozo

i

részei NEM alkalmazhatok.

A legfrissebb miszaki adatok egy része elérhets a (nyilvanosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényl&)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

Csovek rajza: Kultéri egység

Csovek rajza: Beltéri egység
Huzalozasi rajz: Kultéri egység

Kébelezési rajz: beltéri egység
1. tdblazat — Maximalis megengedett h(it6kozeg-mennyiség helyiségenként: beltéri egység
2. tablazat — Minimalis alapterulet: beltéri egység
3. tabldzat — Természetes szell6zést biztositd alsd nyilas minimalis terllete: beltéri egység
ESP-gorbe: Beltéri egység
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16.1 Csovek rajza: Kaltéri egység

J 12.7 CuT

7.0CuT
|7.0CuT R2T

9

7.0 CuT 4.0 CuT

[7.0cuT \

7.0 CuT 4.0 CcuT AN g

[70cut ) 6.4 CuT
( 4.0 cuT 9

J/ \
! 12.7 CuT !
' 12.7 CuT - |
5
<
1 © 1
R3T
! s1PH | i i ‘ !
I . 12.7 CuT QK i I
0 .7Cu ' C a
b 6.4 CuT |
>l 6.4 CuT
: kO :
9.5 cuT 15.9 CuT &}I b
e Y e — -— Al 115.9 cuT
i_ M1C |
o o o o o o o o o o o o o "7 73D110394
a Kilsé csovek (folyadék: 36,4 mm-es hollandi anyas M1C Kompresszor
kotés)
b Kils6 csdvek (gdz: @15,9 mm-es hollandi anyas M1F Ventildtor
kotés)

¢ Elzardszelep (folyadék) R1T HG&mérséklet-érzékels (kiltéri levegd)

d Elzardszelep szervizesatlakozoval (gaz) R2T H&mérséklet-érzékels (h6cseréld)

e Sz(r6 R3T H&mérséklet-érzékels (kompresszor elvezetdje)

f Hangtompitd szlrével S1PH Magasnyomas-kapcsold (automatikus visszaallitas)

g Hajszalcsoves vezeték Y1E Elektronikus szabalyozodszelep

h Hdécseréld Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep) (BE: h(ités)

i KiegyenlitGtartaly = Fltés

j Kompresszor kiegyenlitGtartalya —— Htés

k Hangtompitd
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16.2 Csovek rajza: Beltéri egység

I I
c I
r———" I—l—l
a2=—1t —1 >
LA di
I
I
I I e
c2]— |
I
c1]_|~wwwwwwwww_[
I
I
i
R3T d2
| = >—
r— 1 . RAT |
al—-=t f d ma—r
L 1 I
I
"
I
S
R7T
ot — ok ==] P
L' 1 '
I_ 1
b2 =—| , — !
|
N N - N N N N 3D112187A
A Vizoldal B1PW Térflités viznyomds-érzékeldje
B H{t6kozeg oldala B2PR H(t&kozeg nyomasérzékelbje
C Helyszinen szerelendd M1S 3-jaratu szelep (a f6/vegyes zdna keverGszelepe)
al Térf(itési viz BE (kiegészit6/kozvetlen zdna) M3S  3-jaratu szelep (térflités/hasznalati meleg viz)
a2 Térflitési viz Kl (kiegészit6/kdzvetlen zona) R1T HO6mérséklet-érzékeld (héeseréld — viz KIMENETE)
b1l Térfltésiviz BE (f6/vegyes zona) R2T HGEmérséklet-érzékeld (kiegészits flitéelem — viz Kl)
b2 Térfltésiviz Kl (f6/vegyes zona) R3T H&mérséklet-érzékeld (folyékony hiitékozeg)
cl Hasznalati meleg viz: hideg viz BE RAT HOEmérséklet-érzékeld (hécseréld — viz BEMENETE)
c2 Hasznalati meleg viz: meleg viz KIMENET R5T, R8T HOmérséklet-érzékeld (tartaly)
dl Gaz h(t6kozeg BE (f(ités mdd, kondenzétor) R7T H&mérséklet-érzékels (f6/vegyes zdna — viz KlI)
d2 Folyékony hitékozeg Kl (flités méd, kondenzator) —{—  Csavarkstés
e Lemezes h8cserélé %Z— Hollandi anyas kétés
f Elzardszelep a javitashoz (ha fel van szerelve) —{—  Gyors csatlakozd
g Tagulasi tartaly —e— Forrasztott csatlakozd
h Magneses sz(ir6/porlevalasztd
i Biztonsagi szelep
j Légtelenitd
k Leeresztészelep
| Szivattyu (kiegészit6/kozvetlen zéna)
m Ellendrzészelep
n Aramlasérzékels
o Kiegészité flitGelem
p Vizsz(rd (f6/vegyes zona)
q Hajszalcsoves vezeték
r Szivattyu (f6/vegyes zéna)
ERGA04~08E + EHVZ04+08518+23E |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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16.3 Huzalozasi rajz: Kultéri egység

Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a felsé lemez belsején). A hasznalt roviditések az aldbbiak.

(1) Kapcsolasi rajz

Angol Forditas
Connection diagram Kapcsoldsi rajz
(2) Megjegyzések

Angol Forditas
Notes Megjegyzések
+ Csatlakoztatas
X1M F& kivezetés
. Foldelés
——————— Nem tartozék
i | Opcié
1 Kapcsolédoboz
L] Jel panel
Lo ] A huzalozas a modelltél fiigg
D védsfoldelés
I Kiilsé vezeték
MEGJEGYZESEK:

1 MIikodés kdzben ne zérja rovidre az S1PH védBeszkozt.

2 Ahuzalozds X6A, X28A és X77A csatlakozéhoz valé csatlakoztatdsahoz
tekintse meg a kombinacios tablazatot és az opcid kézikdnyvét.

3 Szinek: BLK: fekete; RED: vords; BLU: kék; WHT: fehér; GRN: zold; YLW:

sarga

(3) Jelmagyarazat

AL* Csatlakozdé
c* Kondenzator
DB* Egyeniranyitd hid
DC* Csatlakozd
DpP* Csatlakozd
E* Csatlakozdé
F1U Biztositék T, 6,3 A, 250 V
FU1, FU2 Biztositék T, 3,15 A, 250 V
FU3 Biztositék T, 30 A, 250 V
H* Csatlakozd
IPM* Intelligens drammodul
L Csatlakozé
SzerelGi referencia-Utmutato |4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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LED 1~5 Visszajelz6 lampa
LED A Ellenérzélampa
L* Fojtétekercs
M1C Kompresszor motor
M1F Ventilatormotor
MR* Mdgneses relé
N Csatlakozé
PCB1 Nyomtatott aramkéri kartya (f6)
PS Kapcsolélzem tapellatas
QiL HEvédo
Q1Dl # | Foldzarlatvédelmi aramkoér-megszakito
Q* IGBT
R1T Hémérséklet-érzékels (levegd)
R2T Hémérséklet-érzékels (hGeseréld)
R3T Hémérséklet-érzékels (elvezetés)
RTH2 Ellenallas
S Csatlakozé
S1PH Magasnyomas-kapcsold
S2~80 Csatlakozd
SA1 Tulfeszlltségvédd
SHM Kapocsléc rogzitett lemez
u,Vv,w Csatlakozd
V3, V4, V401 Varisztor
X*A Csatlakozd
X*M Kapocsléc
Y1E Elektronikus szabalyozdszelep
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Z*C Zajsz(rd (ferritmag)
Z*F Zajsz(rd
*  Opcionalis
# Nem tartozék
ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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16.4 Kabelezési rajz: beltéri egység

Lasd az egységhez mellékelt bels6 huzalozasi rajzot (a beltéri egység kapcsoldodoboza fedelének belsején). A

hasznalt roviditések az aldbbiak.

Megjegyzések az egység bekapcsolasa el6tt

Angol

Forditas

Notes to go through before starting

Megjegyzések az egység bekapcsoldsa

the unit el6tt

X1M FG kivezetés

X2M Helyszini huzalozasi kivezetés AC
csatlakozasokhoz

X5M Helyszini huzalozasi kivezetés DC
csatlakozasokhoz

X6M A kiegészit6 fitéelem tapelldtdsanak
kivezetése

X10M Okoshalézat kivezetése

. Foldel6vezeték

——————— Nem tartozék

Q) Szadmos huzalozasi lehet8ség

Opcid

Nincs felszerelve a kapcsolddobozban

A huzalozds a modelltél figg

PCB

Note 1: Connection point of the power | 1. megjegyzés: A kiegészit6 flitéelem
supply for the BUH should be foreseen | tapellatdsanak csatlakozasi pontjat elére
ki kell alakitani az egységen kivul.

outside the unit.

Backup heater power supply

A kiegészit6 fitéelem tapellatdsa

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

User installed options

Felhasznald altal beszerelt opcidk

O Remote user interface

0 Dedikalt kényelmi felhasznaloi felilet
(szobatermosztatként hasznalt
BRC1HHDA)

O Ext. indoor thermistor

O KUlsS beltéri hEmérséklet-érzékeld

O Ext outdoor thermistor

O Kals6 kultéri hEmérséklet-érzékeld

O Digital I/0 PCB

O Digitalis KI/BE PCB

O Demand PCB

O Kommunikacios PCB

O Safety thermostat

0O Biztonsagi termosztat

OSmart Grid

00 Okoshalozat

O WLAN module

O WLAN-modul

SzerelGi referencia-Utmutato
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Angol

Forditas

O WLAN cartridge

O WLAN-kazetta

Main LWT

FG kilépd vizhémérséklet

0 On/OFF thermostat (wired)

0O BE/KI termosztat (vezetékes)

0O On/OFF thermostat (wireless)

0O BE/KI termosztat (vezeték nélkili)

O Ext. thermistor

O KUlsé hémérséklet-érzékels

O Heat pump convector

0O Hdszivattyu-konvektor

Add LWT

Kiegészits kilép6 vizhémérséklet

0 On/OFF thermostat (wired)

O BE/KI termosztat (vezetékes)

0O On/OFF thermostat (wireless)

0O BE/KI termosztat (vezeték nélkili)

O Ext. thermistor

O KUlsé hémérséklet-érzékels

O Heat pump convector

0O Hészivattyu-konvektor

Pozicié a kapcsolédobozban

Angol

Forditas

Position in switch box

Pozicié a kapcsolédobozban

Jeldlés
A1P F6 PCB
A2P * | BE/KI termosztat (PC=aramkor)
A3P * | H@szivattyu-konvektor
A4p * | Digitalis KI/BE PCB
A5SP Kétzonas PCB
A6P Aramkér PCB-je
A8P * | Kommunikacios PCB
A11P MMI f§ PCB-je (= beltéri egység felhaszndldi felllete)
Al14P * | A dedikalt kényelmi felhaszndloi felllet PCB-je
(szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)
A15P * | Fogadd PCB-je (vezeték nélkuli BE/KI termosztat)
A20P WLAN-modul
CN* (A4P) Csatlakozo
DS1 (A8P) DIP kapcsolo
F1B Tuldram-biztositék a kiegészité flitéelemhez
F1U, F2U (A4P) Biztositék 5 A 250 V digitalis KI/BE PCB-hez
K1A, K2A Nagyfesziltségl okoshaldzat reléje
K1M, K2M Kapcsold a kiegészit6 flitéelemhez
K5M Biztonsagi kapcsold a kiegészits fitéelemhez
K6M Relé 3-jaratu szelep megkerild
K7M Relé 3-jaratu szelep dramlas
K*R (A4P) PCB reléje
ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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M2P # |Hasznalatimelegviz-szivattyu

M2S # | 2 utas szelep hiités Gzemmaodhoz

PC (A15P) * | Aramforras

PHC1 (A4P) * | Fénykapcsold bemeneti kor

QilL A kiegészit6 flit6elem hévéddje

Q3L, Q4L # | Biztonsagi termosztat

Q*DlI # |Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakité

R1H (A2P) * | Paratartalom-érzékel6

R1T (A2P) * | Kérnyezetihémérséklet-érzékels, BE/KI termosztat

R2T (A2P) * | Kils6 érzékel6 (padlo vagy kornyezeti)

R6T * | KUls6 beltéri vagy kiltéri kornyezetihémérséklet-
érzékeld

S1S # | Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos dramkor
csatlakozdja

S2S # | Elektromos mérd 1. impulzus bemenete

S3S # | Elektromos mérd 2. impulzus bemenete

S4S # | Okoshalézat bemenete

S6S~S9S * | Digitalis aramforras-korlatozasi bemenetek

S$10S-S11S # | KisfeszUltségl okoshaldzat csatlakozdja

SS1 (A4P) * | Valasztdkapcsold

TR1 Tapfesziiltség-atalakitod

X6M # | A kiegészit6 fit6elem tapelldtasanak kapocsléce

X10M * | Okoshaldzat tapellatasanak kapocsléce

X*, X*A, X*Y, Y* Csatlakozdé

X*M Kapocsléc

*  Opcionalis
# Nem tartozék

A huzalozasi rajzon lévé szoveg forditasa

Angol

Forditas

(1) Main power connection

(1) F6 tapcsatlakozo

For HP tariff

Kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos dram esetén

Indoor unit supplied from outdoor

Beltéri egység kultérrdl taplalva

Normal kWh rate power supply

Normal kWh-dijszabdsu elektromos
aram

Only for normal power supply
(standard)

Csak normal tapellatas esetén
(szabvanyos)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Csak kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos aram esetén (kiltéri)

Outdoor unit

Kiltéri egység

SzerelGi referencia-Utmutato
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Angol

Forditas

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Kedvezményes kWh-dijszabdasu
elektromos aramkér csatlakozdja:
16 V DC jelzés (a feszlltséget a PCB
biztositja)

SWB

Kapcsolddoboz

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Hasznaljon normal kWh dijszabasu
elektromos aramot beltéri egység
esetén

(2) Backup heater power supply

(2) A kiegészit6 flt6elem tapellatasa

Only for ***

Csak *** esetén

(3) User interface

(3) Felhasznaloi fellilet

Only for remote user interface

Csak a dedikalt kényelmi felhasznaldi
felUlethez (szobah&mérséklet-
érzékel6ként hasznalt BRC1IHHDA)

SD card

WLAN-kazetta kartyanyildsa

SWB

Kapcsolddoboz

WLAN cartridge

WLAN-kazetta

(5) Ext. thermistor

(5) Kuls6é hémérséklet-érzékels

SWB

Kapcsolédoboz

(6) Field supplied options

(6) Nem tartozék opciok

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC impulzusjelzés (a feszlltséget a
PCB biztositja)

230V AC Control Device

230V AC feszliltségl vezérlGeszkoz

230V AC supplied by PCB

PCB altal biztositott 230 V AC

Continuous

Folyamatos dramerd@sség

DHW pump output

Haszndlatimelegviz-szivattyu kimenete

DHW pump

Hasznalatimelegviz-szivattyu

Electrical meters

Elektromos mérdék

For HV smartgrid

Nagyfesziltségl okoshalézat esetén

For LV smartgrid

KisfeszUltségl okoshaldzat esetén

For safety thermostat

Biztonsagi termosztat esetén

For smartgrid

Okoshalézat esetén

Inrush

Bedmlési dramer@sség

Max. load

Maximalis terhelés

Normally closed

Altaldban zarva

Normally open

Altaldban nyitva

Safety thermostat

Biztonsagi termosztat

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Biztonsagitermosztat-csatlakozas:
16 V DC jelzés (a feszlltséget a PCB
biztositja)
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Angol

Forditas

Shut-off valve

Elzardszelep

Smartgrid contacts

Okoshaldzati csatlakozok

Smartgrid PV power pulse meter

Okoshalézat fotovoltaikus
impulzusmérdje

SWB

Kapcsolédoboz

(7) Option PCBs

(7) Opcionalis PCB-panelek

Alarm output

Riasztas kimenete

Changeover to ext. heat source

Atdllas kilsé héforrasra

Max. load

Maximalis terhelés

Min. load

Minimalis terhelés

Only for demand PCB option

Csak opcionalis kommunikaciés PCB
esetén

Only for digital I/0 PCB option

Csak opcionalis digitalis KI/BE PCB
esetén

Options: ext. heat source output, alarm
output

Opciok: kilsé héforrds kimenete,
riasztas kimenete

Options: On/OFF output

Opcidk: BE/KI kimenet

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Aramforras-korlatozas digitalis
bemenetei: 12 V DC/12 mA jelzés (a
feszlltséget a PCB biztositja)

Space C/H On/OFF output

Térh(tés/-fités BE/KI kimenete

SWB

Kapcsolddoboz

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Kulls6 BE/KI termosztatok és
hdszivattyu-konvektor

Additional LWT zone

Kiegészits kilép6 vizhémérsékleti zéna

Main LWT zone

F6 kilép& vizhémérséklet zona

Only for external sensor (floor/ambient)

Csak kiils6 érzékels esetén (padld vagy
kérnyezeti)

Only for heat pump convector

Csak h@szivattyu-konvektor esetén

Only for wired On/OFF thermostat

Csak vezetékes BE/K| termosztat esetén

Only for wireless On/OFF thermostat

Csak vezeték nélkuli BE/KI termosztat
esetén

SzerelGi referencia-Utmutato
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Elektromos kapcsolasi rajz

Tovabbi részletekért ellendrizze az egység huzalozasat.
TAPELLATAS SZABVANYOS ALKATRESZ
V3 Coak normil tinellitierdl izemelB caysigeseen 0 KULTERI EGYSEG

@ Csak normal tapellatasrol izemeld egység esetén
H (x1 M: LN-fold O

Megjegyzések:

- Jelkabel esetén: tartson >5 cm tévolsagot a tapkabelektd!

i Egység tapellétasa:

i
|
|
I
|
|
I
Q) Csak kWh. !
| egység esetén 1
! Egység ényes kWh-dijszabés( elek drama: |
- |
1 230V +fold XIM: 1-2-3 |
| |
| |
| 3mag !
! I
|
' BELTERI EGYSEG 3
i (" XIM: 1-2:3 Y\ | NEM TARTOZEK
! A = - - .
- o
() | !
by . I !
! AP Y1YC —
, i sl ey | i
XoM: 56 " Riasztés kimenete [ 1 230V | H
i I [
- thean [ | i
zat esetén X5M: 9-10 il Vs _AdP: X1-X2 Ly g2mag.  ,  [Kils6 hofos (példaul kazan) h
! [K1A okoshélézati csatiakozs o kimenetre o el o
| oo ; H
| S— i | i
A I l X10M: 1-2 U - Y2-
! [K1A okoshélozatirelé 0 ! i A4;' Y2: ; g ! y 2mag { Hités/fités BEKI kimenete | h
| i i Fitéshites | | 230V 0
R e oz ! EE:]) H
i i vezérld g i iLii?ii?ii??i? 77:7 777777777777777777777777777777777777777777777 i
|
U o (R 5 i oM A2 |y G2ma0  y  [Keringeto szivattyi hasznalati meleg vizhez | |
| ! T30V !
I I
i i 2 utas szelep |
| Nosmlepxom2ta8 | 4 2mag. s hités dzemmo |
,,,,,, ! NC szelep: X2M: 21-29 A 30y 7 I
) XM A3 ; \ !
NEM TARTOZEK XoM:14 ! | 1 !
() P 1" ! | e )l
:@ Q4L biztonségi termosztét Yol 13-4 | i e |— 2mag y oL s | ®'
I i i el ! "
e - - - | — . ! | e e i
i ! i ! Csak iltségi esetén ® o
! i ! LI K2A okoshalozati csatlakozo | o
I I [
! ! ! | [
| - N  __
5vagy 4 vagy _ . ! | T " e . [
A Kiegészité fitselem tépellétésa (69 kW) Fhag*® A ! } Coak alacsonyfes esetén ®
T0V vagy 230V + old ! Vay LIL2A3N +f6d 1 ! ‘,|511S°k°s“a"’za" etz | o
(F1B) ; ! | \ ¥
I I
| ! | .
| | X 34 et mérs 2 ®
| | [ i L4 | [
I 0 I el e ——————
I I I I
) ] ! | ! 1 Okoshélezat impuizusméree ®:
OPCIONALIS ALKATRESZ | i | i i
oo - — - — | . a0 | e __ I
| WLAN-modul i | tTTTTTTTTTIS T T TTTTTTTTTTTToTmmooooomoooooomooooooooooo ’
| | . .
! [papii2 R . OPCIONALIS ALKATRESZ
! ! i ! Csak KRCSO1-1 vagy EKRSCAT esetén i
! | o wom 78 b1y g2mad  y  [Kilst homérsélet-érzékeld (beltér vagy Kiltér) | !
”””””””””””””””””” i | o el L4 |
! | ! |
| |
| ! | Kiils6 szobatermosztat/h6szivattyu-konvektor !
| i R B o ____ (f6 esivagy kiegészité zona) !
I ] I ¥ " .
| 04 I 3mag HF i 5 Csak "KRTW* esetén !
| i }@ lZmaggcsakF é I\ e i
I 16: X2M: 30-34-35 (/] /L - YAM-
! ! i K X2 303436 [Ty A2PEXIl: Hom £ !
NEM TARTOZEK ! S I e S |
fmmmm e e . ¥ - |
! | b l@ | 45 mag H/kF Fi]z_emeltetéghez ((\:,Zazlété}f‘%ﬁﬂﬁwen !
= - 2mag | i 1 4 mag csa
! |Q3L biztonségi termosztat “ ‘ 9 ‘ “ X5M: 12 ! 1 1 6 XOM: 30-31-34-35 i AP XN Fotom @, !
! jel | ! b kieg.: X2M: 30-31-34a-35a | el X2M: L-N C S HRTR j !
! | ! Sal |
| i " sal D ! 1 esetén ! |
o Qo | KRPIAHTAesetén 1 1| | @;\Z’P’ e, |
| | -
[ igény szerint aramforras korlatozasi 2mag | ASPIYGOIMAS 1L I Fegarrn | |
i 1|bemenet el . . I I Csak EKRTRB | K
L Je ! Uy ! esetén | i
! 1|2. igény szerint aramforrés-korlatozasi 4 AL 4 AP xe01h:25 N S o b o
b pemeret ol i L @ 16 X2M: 3035 | Csak hszivattyi-konvektor esetén | !
! }|g igénylszerinti dramforrés-koriatozasi 2mag. | ABP:XBOIM35 1] ! Kieg.: X2M: 30-35af 7 4 mag AP ! !
1 |bemene |—P-:-:-—t—l- i !
b ol Bl sk X 34— el | |
! :|g.eir%§:)élszerinti aramforrés-korlatozasi 2 mag ‘ AGP:XBOMM:45 || [ R I e e B !
I i I
! e ) ?I S ; ! i 1 2mag Csak kényelmi felhasznaldi felillethez esetén i
. I . i 2x0.75
! i XM 112 bt P — | |
| ! | kommunikécio | !
1 ; 1 2mag Csak LAN-adapter esetén !
! ! 2x0,75
! | ‘ A3P: P1-P2 LAN-adapter | |
I | I kommunikécio !
I o L o
I I
| |
[ e ——————— /O 4D130337D
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16.5 1. tablazat — Maximalis megengedett h(it6kozeg-mennyiség
helyiségenként: beltéri egység
A ciyisee (m?) Maximalis megengedett hiit6k6zeg-mennyiség
helyiségenként (m,,,) (kg)
H=600 mm
1 0,138
2 0,276
3 0,414
4 0,553
5 0,691
6 0,829
7 0,907
8 0,970
9 1,028
10 1,084
11 1,137
12 1,187
13 1,236
14 1,283
15 1,328
16 1,371
17 1,413
18 1,454
19 1,494
20 1,533
21 1,571
22 1,608
23 1,644
24 1,679
25 1,714
26 1,748
27 1,781
28 1,814
29 1,846
30 1,877
31 1,909
Szerel6i referencia-Gtmutato P DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
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INFORMACIO

= Padlon allo modellek esetében a felszerelési magassag (H) értéke 600 mm-nek
tekintend6 az IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 szabvany GG2 elGirdsanak vald
megfelelés érdekében.

i @

= Az A, kOztes értékei esetén (tehat amikor az A,,,,, a tablazatban foglalt két
érték kozé esik) a tablazatban szerepl6 alacsonyabb A, értéknek megfeleld
értéket vegye szamitasba. Ha A_,.=12,5 m?, az A_,.,.=12 m’ sorban Iévé értékkel
szamoljon.

16.6 2.tablazat — Minimalis alapterilet: beltéri egység

m, (kg) Minimalis alapteriilet (m?)
H=600 mm
1,84 28,81
1,86 29,44
1,88 30,08
1,90 30,72
INFORMACIO

i @

= Padlon all6 modellek esetében a felszerelési magassag (H) értéke 600 mm-nek
tekintend6 az IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 szabvany GG2 elGirdsanak valo
megfelelés érdekében.

= Az m. koztes értékei esetén (tehdt amikor az m_ a tablazatban foglalt két érték
kozé esik) a tdblazatban szerepl6 magasabb m, értéknek megfelelé értéket vegye
szamitdsba. Ha m=1,87 kg, az m_=1,88 kg értéknek megfelel6 értékkel szamoljon.

* Azok a rendszerek, amelyekben a teljes h(it6kdzeg-mennyiség (m,) kevesebb mint
1,84 kg (vagyis a cs6hossz 27 m-nél kisebb), NEM rendelkeznek a felszerelés
helyére vonatkozo kévetelményekkel.

= 1,9 kg-ndl nagyobb mennyiségl hiitékozeg NEM tolthetd az egységbe.

16.7 3. tablazat — Természetes szell§zést biztositd also nyilas minimalis
terllete: beltéri egység

m, m,.. dm=m—m,__, (kg) Alsé nyilds minimalis teriilete (cm?)
H=600 mm

1,9 0,1 1,80 729

1,9 0,3 1,60 648

1,9 0,5 1,40 567

1,9 0,7 1,20 486

1,9 0,9 1,00 418

1,9 1,1 0,80 370

1,9 1,3 0,60 301

1,9 1.5 0,40 216

1,9 1,7 0,20 115
ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 3R F 265
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INFORMACIO

= Padlon allé modellek esetében a felszerelési magassdg (H) értéke 600 mm-nek
tekintend6 az IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 szabvany GG2 el6irdsanak valo
megfelelés érdekében.

i @

= A dm koztes értékei esetén (amikor a dm a tabldzatban foglalt két dm érték kozé
esik), a tablazatban szerepl6 magasabb dm értéknek megfelel6 értéket vegye
szamitasba. Ha dm=1,55 kg, a dm=1,6 kg értéknek megfelels értékkel szamoljon.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN ERGAO4~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
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16.8 ESP-gdrbe: Beltéri egység

Megjegyzés: Amennyiben a rendszer nem éri el a minimalis vizaramlasi sebességet,
aramldsi hiba jelentkezik.

A (kPa)
70
60 [ _
50
40
Fo N SN S A N )
20
10
P I O I |
0 5 10 15 20 25 35
B (I/min)
4D112013
A Kulsé statikus nyomas a térf(it6korben
B Az dramlds sebessége az egységen a térflitési korben
C Mdikodési tartomany

Kiegészit6/kozvetlen zona

F&/vegyes zona

Szaggatott vonalak: A m{kddési tartomany csak abban az esetben terjed ki az
alacsonyabb dramlasi sebességekre, ha az egység csak hdészivattydval mukaodik.
(Nem inditaskor, nincs kiegészité fitGelem, nincs jégmentesités Gzemmaod.)

Megjegyzések:

= A mUikodési tartomanyon kivil esé aramlas kivalasztdsa karosithatja az egységet,
vagy az egység hibas mikodését okozhatja. Lasd még a legkisebb és legnagyobb
megengedett vizaramldasi tartomanyt a m(szaki lefrasban.

= Kizérélag a 2020/2184 EU-iranyelvnek megfelel6 min&ségl vizet hasznaljon.

ERGAQ04~08E + EHVZ04+08518+23E
Daikin Altherma 3R F
4P629093-1B — 2022.05

PDAIKIN

Szerel6i referencia-Utmutato

267
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17 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gizembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartdasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Helyszini beallitasok tablazata

Alkalmazhaté egységek

EHVZ04S18EAGVY
EHVZ08S18EAGVY
EHVZ08S23EAGVY
EHVZ08S18EAOW Y
EHVZ08S23EAOW Y

Megjegyzések

(* 1 ) *3V*
(*2) *6V*
(*3) *9W*

A =ABC, ... Z
v=,,1,23..,9

4P629095-1B - 2022.05
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigaciéos  Mez&kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték

Alapértelmezett érték

[2-06] RIW 0: Letiltva
1: Engedélyezve
142 [2-05] Szoba célhémérséklete R/W 4~16°C, fokozat: 1°C
12°C
L Hém. tart. bedllitas
1.5.1 [3-07] Fatési minimum R/W 12~18°C, fokozat: 1°C
12°C
152 [3-06] Fitési maximum R/W 18~30°C, fokozat: 1°C
30°C
1.6 [2-09] Szobai érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
1.7 [2-0A] Szobai érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
L Szoba kényelmi célhémérséklete
1.91 [9-0A] Fités kényelmi célhémérséklete R/W [3-07]~[3-06]°C, fokozat: 0,5°C
23°C

F6 zéna
24 Célhém.mod 0: Absz
2: |dojarasfiiggd

L Fiitési IF gorbe

2.5 [1-00] Alacsony kornyezeti hémérséklet, f6 kilép6 vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gérbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
25 [1-01] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhdmérsékleti zona, fltési IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
25 [1-02] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhdmérsékleti zéna, |R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
fiitési IF gorbe. 35°C
25 [1-03] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizh6mérsékleti zona, R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 25°C
27 [2-0C] Héleadd tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
2.8.1 [9-01] F{tési minimum R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
282 [9-00] Fltési maximum R/W 2-0C]=2:
37~65°C, fokozat: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C

F6 zéna

29 [C-07] Vezérlés R/W 0: Kilép vizh6-vez
1: Kiilsé sz.term
2: SzobTerm-vezérl
2.A [C-05] Termosztat tipusa R/W 0: -
1: 1 csatlakozo
2: 2 csatlakozé
Hoémérséklet-kiildnbség
2.B.1 [1-0B] Fltési hémérséklet-kilonbség R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Szabalyozas R/W 0: Nem
1: lgen
2.C2 [8-06] Max. szabalyozas R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
5°C
2.D.1 [F-0B] Fités kézben R/W 0: Nem
1: Igen

Kiegészitd zéna
3.4 Célhém.méd 0: Absz
2: |déjarasfiiggé

L Fiitési IF gérbe

35 [0-00] Kilépd viz érték, magas kérnyezeti h6mérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti | R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
zona, fiitési IF gorbe. 35°C
[0-01] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti h6mérséklet, kiegészitd kiléps R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
vizhmérsékleti zona, fiitési IF gérbe. 50°C
35 [0-02] Magas kérnyezeti h6mérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti zéna, fiitési IF R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
gorbe. 15°C
3.5 [0-03] Alacsony kornyezeti hémérséklet, kiegészit6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF | R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
gorbe. -10°C
3.7 [2-0D] Héleado tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
3.8.1 [9-05] Fatési minimum R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
3.8.2 [9-06] F{tési maximum R/W 2-0D]=2:
37~65°C, fokozat: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C

Kiegészité zéna

3.A [C-06] Termosztat tipusa R/W 0: -
1: 1 csatlakozé
2: 2 csatlakozé

L Hémérséklet-kiilonbség

3.B.1 [1-0C] Fiitési hémérséklet-kiilénbség R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C
|
4.3.1 Fités kikapcs.hém. R/W 14~35°C, fokozat: 1°C
22°C

4.4 [7-02] Zoénak szama R/W

1: 2vizhémérs zéna

(*1) *3V*
(*2) *GV*
4P629095-1B - 2022.05 (*3) *ow*
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettd| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciéos  Mez&kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
4.5 [F-0D] Szivattyt izemmad R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés
4.6 [E-02] Géptipus R/O 1: Csak fiités
4.8.1 [9-0E] F& z6na R/W 0~8, fokozat:1
0: Nincs korl.
1~4: 90~60%-0s szivattylsebesség
5~8: 90~60%-o0s szivattyusebesség
mintavétel kdzben
6
482 [9-0D] Kiegészit zéna R/W 0~8, fokozat:1
0: Nincs korl.

1~4: 90~60%-0s szivattyusebesség
5~8: 90~60%-o0s szivattyisebesség
mintavétel kézben

Térfltés/-hiités
4.9 [F-00] Tartomanyon kiviili szivattyG R/W Korlatozott
Engedélyezett
Nem
névekedés 2°C, tartomany 4°C
novekedés 4°C, tartomany 4°C
novekedés 2°C, tartomany 8°C
: ndvekedés 4°C, tartomany 8°C
B [9-04] Tuallépés R/W 1~4°C, fokozat: 1°C

1°C
.C [2-06] Fagymentesités R/W 0: Letiltva

1: Engedélyezve

~

A [D-03] Novelés 0°C kordil R/W

hoN2o=2e

~

~

rtaly [6-0A] Kényelmi célhnémérséklet R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C

5.3 [6-0B] Gazdasagos célhémérséklet R/W gg~‘;erc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
5.4 [6-0C] Ujramelegités célhdmérséklet R/W g(s)~cperc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
5.6 [6-0D] Felfiités mod RW S:SQZak tjrameleg.

1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

L— Fertétlenités

5.7.1 [2-01] Aktivalas R/W 0: Nem
1: lgen

5.7.2 [2-00] MUkodés napja R/W 0: Minden nap
1: Hétfo
2: Kedd
3: Szerda
4: Csutortok
5: Péntek
6: Szombat
7: Vasarnap

5.7.3 [2-02] Elindulas ideje R/W 0~23 o¢ra, fokozat éral
1

574 [2-03] Tartaly célhémérséklete R/W 60°C

5.7.5 [2-04] Idétartam R/W 40~60 perc, fokozat: 5 perc
40 perc

5.8 [6-0E] Maximum R/W 40~60°C, fokozat: 1°C
60°C

5.9 [6-00] Hiszterézis R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
25°C

5.A [6-08] Hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C

5.B Célhém.maod R/W 0: Absz

1: ldGjarasfiggé

L |F gorbe
5.C [0-0B] Kilépé viz érték, magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
55°C
5.C [0-0C] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hdmérséklet, HMV IF gorbe. R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
5.C [0-0D] Magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Alacsony kornyezeti h6mérséklet, HMV IF gorbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
5D [6-01] Kiilénbség RW 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C
Felhasznaloi beallitasok
L— Csendes
741 Aktivalas RW 0: KI

1: Csendes

2: Csendesebb

3: Legcsendesebb
4: Automatikus

L Elektromos aram ara

751 Magas R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
752 Kézepes R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
753 Alacsony R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
7.6 Gaz ara R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh
Beadllitas varazslo
Rendszer
9.1 [E-03] Kieg. f(it. tipusa R/O 2:3V (M)
3: 6V (*2)
4: 9W (*3)
9.1 [E-05] Hasznalati meleg viz R/O 3: Beépitett
[E-06]
[E-07]
(*1 ) *3V*
(*2) *GV*

(3) "OW* 4P629095-1B - 2022.05
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Helyszini beallitasok tablazata

Navigaciéos  Mez&kod Beallitas neve Tartomany, fokozat

Alapértelmezett érték

Alapértelmezettd| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Datum Erték

[4-06] R/W 0: Manualis

1: Automatikus (normal térfiités/HMV BE)
2: Auto red Térfiités/Hasznalati meleg viz
BE

3: Auto red Térfiités/Hasznalati meleg

viz Kl

4: TERFUTES BE/HASZNALATI MELEG

VizKI

Vésziizem

9.1 [7-02] Z6nak szama R/W 0: Egyetlen zéna

1: Kettés zéna

L Kiegészits fltéelem

9.1 [5-0D] Fesziiltség RIW (*2) |0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1: 230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 [4-0A] Beallitas RW 0: 1V (*1)
1: 1142 (*2) (*3)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 sziikséahelvzetben
9.1 [6-03] Teljesitmény — 1. fokozat R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.1 [6-04] Kiegészito teljesitmény — 2. fokozat R/O (*1) |0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4 kW (*2)
6 kW (*3)
9.1 [2-0C] Héleadé tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9.1 [C-07] Vezérlés R/W 0: Kilép vizh6-vez
1: Kiilsé sz.term
2: SzobTerm-vezérl
9.1 Célhém.maod RW 0: Absz
2: Idéjarasfiiggé
9.1 Program R/W 0: Nem
1: lgen
9.1 [1-00] Alacsony kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizh6mérsékleti zona, fltési IF gorbe.  |R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
9.1 [1-01] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhdmérsékleti zona, fiitési IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
9.1 [1-02] Kilépé viz érték, alacsony kornyezeti hdmeérséklet, f6 kilépd vizh6mérsékleti zona, |R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
flitési IF gérbe. 35°C
9.1 [1-03] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizh6mérsékleti zona, R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 25°C
9.1 [1-06] - 20
9.1 [1-07] - 35
9.1 [1-08] - 22
9.1 [1-09] - 18

L Kiegészité zona

9.1 [2-0D] Héleado tipusa R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9.1 Célhém.maéd R/W 0: Absz
2: |d6jarasfiiggd
9.1 Program R/W 0: Nem
1: lgen
9.1 [0-00] Kilépé viz érték, magas kornyezeti h6mérséklet, kiegészito kilépd vizhémérsékleti |R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
z6na, fiitési IF gorbe. 35°C
9.1 [0-01] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, flitési IF gorbe. 50°C
9.1 [0-02] Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészitd kiléps vizhémérsékleti zona, fiitési IF R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
gorbe. 15°C
9.1 [0-03] Alacsony kornyezeti h6mérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti zona, fltési IF | R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
gorbe. -10°C
9.1 [0-04] - 8
9.1 [0-05] - 12
9.1 [0-06] - 35
9.1 [0-07] -~ 20

9.1 [6-0D] Felflités mod R/W 0: Csak Ujrameleg.
1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

9.1 [6-0A] Kényelmi célhémérséklet R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C

9.1 [6-0B] Gazdasagos célhémérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

9.1 [6-0C] Ujramelegités célhémérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

L Hasznalati meleg viz

9.21 [E-05] Hasznalati meleg viz R/O 3: Beépitett
[E-06]
[E-07]
9.2.2 [D-02] HMV cirkulaciés szivattyd R/W 0: Nem
1: Cirkulac. sziv.
2: Fert6t. megker.
924 [D-07] Szolar R/W 0: Nem
1: Igen

L Kiegészit fiitéelem

9.3.1 [E-03] Kieg. fiit. tipusa R/O 2: 3V (1)
3:6V (*2)
4: 9W (*3)
932 [5-0D] Fesziltség RW (2) |0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) [1: 230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
933 [4-0A] Bedllitas R/W 0: 1V (*1)
1: 1142 (*2) (*3)
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 sziikséghelyzetben
934 [6-03] Teljesitmény — 1. fokozat R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)

4P629095-1B - 2022.05
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9.35 [6-04] Kiegészité teljesitmény — 2. fokozat R/O (*1) |0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4KW (*2)
6 kW (*3)
[5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészi Selemet (vagy bivalens rendszer eseténa |R/W :
killsé tartalék héforrast) az egyensulyi h6mérséklet felett a térfiitéshez? 1: 1gen
9.37 [5-01] Egyensulyi hémérséklet R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Uzemeltetés R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
2: Csak HMV
9.4.1 [6-02] Teljesitmény R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
OkW
943 [8-03] HMV Segédfiitéelem gazdasagos id6zit6je R/W 20~95 perc, fokozat: 5 perc
50 perc
944 [4-03] Uzemeltetés R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés

3: Kompresszor ki
4: Csak legionella

L— Vésziizem

9.5.1 [4-06] Vészlizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus (normal térfiités/HMV BE)
2: Auto red Térflités/Hasznalati meleg viz
BE
3: Auto red Térfiités/Hasznalati meleg
viz KI
4: TERFUTES BE/HASZNALATI MELEG
VIZ KI

952 [7-06] Kompresszor kényszerkikapcsolasa R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
L Nyomaskiegyenlitd

9.6.1 [5-02] Térfités els6bbsége R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve

9.6.2 [5-03] Els6bbségi hémérséklet R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Eltolas HMV célhémérséklet R/W 0~20°C, fokozat: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Ciklusok kozotti id6 R/W 0~10 ora, fokozat: 0,5 6ra
0.5 6ra

9.6.5 [8-00] Minimalis mikodési idé R/W 0~20 perc, fokozat: 1 perc
1 perc

9.6.6 [8-01] Maximalis miikddési idé R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
30 perc

96.7 [8-04] Kiegészité id6zitd R/W 0~95 perc, fokozat: 5 perc
95 perc

9.7 [4-04] Vizcsé befagyasanak megelézése 0: Szakaszos
1: Folyamatos
2: Ki

9.8.2 [D-00] Flités engedélyezése R/W 0: Nincs
1: CsakHMV segédf.
2: Csak kieg. fiit.
3: Minden fiitéelem

9.8.3 [D-05] Szivattyl engedélyezése R/W 0: Kénysz.kikapcs.
1: Mint normal

984 [D-01] Kedvezményes elektromos aram R/W 0: Nem
1: Aktiv nyitott
2: Aktiv zart
3: Okoshalézat

9.8.6 Elektromos fiitéelemek engedélyezése 0: Nem
1: Igen

9.8.8 Korlat értékének megadasa kW-ban 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

L Energiafogyasztas-vezérls
9.9.1 [4-08] Energiafogyasztas-vezérlé R/W 0 : Nincs korl.
1: Folyamatos
2: Digit.oemenet

9.9.2 [4-09] Tipus R/W 0: Jelenlegi
1: Telj ény

993 [5-05] Korlatozas R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.4 [5-05] Korlatozas 1 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.95 [5-06] Korlatozas 2 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.6 [5-07] Korlatozas 3 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.7 [5-08] Korlatozas 4 R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

9.9.38 [5-09] Korlatozas R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.9 [5-09] Korlatozas 1 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9A [5-0A] Korlatozas 2 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.B [5-0B] Korlatozas 3 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.C [5-0C] Korlatozas 4 R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

9.9.D [4-01] Els6bbségi fitéelem 0: Nincs

1: HMV Segédfiité
2: Kieg. fiitéelem

L Energiamérés

—

*1) *3V*
*2) *GV*
*3) *OW* 4P629095-1B - 2022.05

—_——



6/10

Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezett| eltéréen megadott

szerel6i beallitasok
Navigaciéos  Mez&kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
Alapértelmezett érték

9.A1 [D-08] Aramfogyasztas-meéré 1 R/W 0: Nem

0,1 imp./kWh
1 imp./kWh

10 imp./kWh
100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Nem

0,1 imp./kWh
1imp./kWh

10 imp./kWh
100 imp./kWh
1000 imp./kWh

9.A2 [D-09] Aramfogyasztas-méré 2 R/W

ARONEQAORON

L Erzékelsk

9.B.1 [C-08] Kiils6 érzékel6 R/W 0: Nem
1: Kilsé érzékeld
2: Szobai érzékeld

9.B.2 [2-0B] Kils6 érzékeld eltolasa R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

9.B.3 [1-0A] Atlagolasi id6 R/W 0: Nincs atlagolas
1:12 ¢ra
2:24 ¢ra
3:48 ¢ra
4:72 6ra

L Bivalens

9.C.1 [C-02] Bivalens R/W 0: Nem
1: Bivalens

9.C.2 [7-05] kazan haték. R/W 0: Nagyon magas
1: Magas
2: Kbzepes
3: Alacsony
4: Nagyon alacsony

9.C3 [C-03] Hémérséklet R/W -25~25°C, fokozat: 1°C
0°C

9.C4 [C-04] Hiszterézis R/W 2~10°C, fokozat: 1°C
3°C

Szerel6i beallitasok

9.D [C-09] Riasztas kimenete R/W 0: Normal nyitva
1: Normal zart
9.E [3-00] Automatikus ujrainditas R/W 0: Nem
1: lgen
9.F [E-08] Energiatakarékos funkcio R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.G Védelmek letiltasa R/W 0: Nem
1: Ilgen

L Helyszini beallitasok attekintése

9l [0-00] ilép6 viz érték, magas kornyezeti hGmeérséklet, kiegészito kiléps vizhdmérsekleti | R/W [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C
35°C
9. [0-01] Kilépd viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. 50°C
9l [0-02] Magas kornyezeti hmeérséklet, kiegészitd kilépd vizhémeérsékleti zona, fiitési IF R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
gorbe. 15°C
9. [0-03] Alacsony koérnyezeti hémérséklet, kiegészit6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF  R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
gorbe. -10°C
9.l [0-04] - 8
9.l [0-05] - 12
9. [0-06] - 35
9. [0-07] - 20
9.1 [0-0B] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
55°C
9.l [0-0C] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
9l [0-0D] Magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Alacsony kornyezeti h6mérséklet, HMV IF gorbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
9l [1-00] Alacsony kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF gérbe. | R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
9l [1-01] Magas kérnyezeti hdmeérséklet, f6 kilépd vizhdmérsékleti zona, futési IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
9l [1-02] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhdmérsékleti zéna, |R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
f IF gorbe. 35°C
9l [1-03] Kilépé viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C
flitési IF gérbe. 25°C
9.l [1-04] - 1
9.1 [1-05] - 1
9. [1-06] - 20
9.l [1-07] - 35
9.l [1-08] - 22
9.l [1-09] - 18
9l [1-0A] Mennyi a kiiltéri hémérséklet atlagolasi ideje? R/W 0: Nincs atlagolas
1:12 6ra
2:24 ¢ra
3:48 ¢ra
4:72 6ra
9l [1-0B] Mi a kivant flitési hémérséklet-kiilénbség a f6 zénaban? R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C
9.l [1-0C] Mi a kivant fitési hGmérséklet-kllonbség a kiegészité zonaban? R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C
9.l [1-0D] - 5
9. [1-0E] - 5
] [2-00] Mikor kivanja végrehajtani a fertétlenités funkciot? R/W 0: Minden nap
1: Hétf6
2: Kedd
3: Szerda
4: Csiitortok
5: Péntek
6: Szombat
7: Vasarnap
9l [2-01] Kivanja végrehajtani a fert6tlenités funkciot? R/W 0: Nem
1: lgen
9. [2-02] Mikor kivanja elinditani a fert6tlenités funkciot? R/W 0~23 ¢ra, fokozat 6ral
1
9.1 [2-03] Mekkora a fertétlenitési célhémérséklet? R/W 60°C

(*1) *3V*
(*2) *GV*
4P629095-1B - 2022.05 (*3) *ow*
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9l [2-04] Mennyi ideig legyen fenntartva a tartalyhémérséklet? R/W 40~60 perc, fokozat: 5 perc
40 perc
9. [2-05] Szoba fagymentesitési hémérséklete R/W 4~16°C, fokozat: 1°C
12°C
9l [2-06] Szobai fagyvédelem R/W 0: Letiltva
1:E sly
9.l [2-09] Az eltolas bedllitdsa a mért szobahémérsékleten R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
9l [2-0A] Az eltolas beallitdsa a mért szobahémérsékleten R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
9. [2-0B] Mennyi a sziikséges eltolas a mért kiiltéri hémérsékleten? R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
9l [2-0C] Milyen héleadé van kétve a f6(1) kilépd vizhém. zénahoz? R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9l [2-0D] Milyen héleado van csatlak. a kiegészité kilép6 vizhém. zénahoz? R/W 0: Padlofiités
1: Klimakonvektor
2: Radiator
9.l [2-0E] Legfeljebb mekkora erésségili aram lehet hészivattyuban? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
a9l [3-00] Engedélyezett a berendezés automatikus Gjraindulédsa? R/W 0: Nem
1: Igen
9. [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.1 [3-04] - 2
9.l [3-05] . 1
9.1 [3-06] Mekkora a maximum kivant szobahémérséklet fiités esetén? R/W 18~30°C, fokozat: 1°C
30°C
9.l [3-07] Mekkora a minimum kivant szobahémérséklet flités esetén? R/W 12~18°C, fokozat: 1°C
12°C
9l [3-08] - 35
9. [3-09] - 15
9.l [4-00] Mi az elektromos rasegité flités izemmodja? R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
2: Csak HMV
9l [4-01] Melyik elektromos flitéelem kapjon elsébbséget? R/W 0: Nincs
1: HMV Segédfiité
2: Kieg. flitéelem
9l [4-02] Mekkora kiiltéri hémérséklet alatt engedélyezett a flités? R/W 14~35°C, fokozat: 1°C
22°C
9.l [4-03] Segédfitéelem mikodési jogosultsaga. R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés
3: Kompresszor ki
4: Csak legionella
9l [4-04] Vizcs6 befagyasanak megel6zése 0: Szakaszos
1: Folyamatos
2: Ki
9.l [4-05] - 0
9l [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus (normal térfiités/HMV BE)
2: Auto red Térfltés/Hasznalati meleg viz
BE
3: Auto red Térfiités/Hasznalati meleg
viz Kl
4: TERFUTES BE/HASZNALATI MELEG
VizKI
9.l [4-07] - 6
9l [4-08] Mely aramforras-korlat. mod sziikséges a rendszerben? R/W 0 : Nincs korl.
1: Folyamatos
2: Digit.boemenet
9.l [4-09] Mely. aramforras-korlat. tipus szikséges? R/W 0: Jelenlegi
1: Teljesitmény
9l [4-0A] Kiegészité fiitéelem beallitasa R/W 0: 1V (*1)
1: 1142 (*2) (*3)
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 sziikséghelyzetben
9.l [4-0B] - 1
9.l [4-0D] = 3
9. [4-0E] - 6
9l [5-00] Egyensuly: Kikapcsolja a kiegészit6 fiitéelemet (vagy bivalens rendszer eseténa | R/W 0: Nem
killsé tartalék héforrast) az egyensulyi h6mérséklet felett a térfiitéshez? 1: lgen
9l [5-01] Mekkora az egyensulyi hémérséklet az éplilet esetében? R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C
al [5-02] Térfltés elsébbsége. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9l [5-03] Térfutés elsébbségi hémérséklete. R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C
9. [5-04] A hasznalati meleg viz célhémérsékletének korrekcidja. R/W 0~20°C, fokozat: 1°C
10°C
9l [5-05] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9l [5-06] Mi a kért korlat digitalis bemenet 2 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9.1 [5-07] Mi a kért korlat digitalis bemenet 3 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9l [5-08] Mi a kért korlat digitalis bemenet 4 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A
9l [5-09] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Mi a kért korlat digitalis bemenet 2 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0B] Mi a kért korlat digitalis bemenet 3 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Mi a kért korlat digitalis bemenet 4 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0D] Kiegészité flitéelem fesziiltsége R/W (*2) |0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1: 230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.l [5-0E] - 1
(*1 ) *3V~k
(*2) *6V*

(3) "OW* 4P629095-1B - 2022.05



8/10

Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettd| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciéos  Mez&kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
9l [6-00] A hészivattyi BE hémérsékletét meghatarozé hémérséklet-klilonbség. R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
25°C
9. [6-01] A hészivatty( KI h6mérsékletét meghatarozé hdmérséklet-kiilonbség. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C
9l [6-02] Mekkora a teljesitménye a HMV segédfiitéelemnek? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
OkwW
9l [6-03] Mekkora a teljesitménye az kiils6 kieg. fités 1.fok.anak? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9l [6-04] Mekkora a teljesitménye az kiils6 kieg. fiités 2.fok.anak? R/O (*1) | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4 KW (*2)
6 kW (*3)
9. [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
] [6-07] Mekkora a teljesitménye az alaplemezfiitésnek? R/W 0~200W, fokozat: 10W
ow
9. [6-08] Milyen hiszterézist hasznal az Ujramelegités izemmaodhoz? R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C
9.l [6-09] - 0
9l [6-0A] Mekkora a kivant kényelmi betéarolasi hémérséklet? R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
9l [6-0B] Mekkora a kivant gazdasagos betarolasi h6mérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
9l [6-0C] Mekkora a kivant Gjramelegitési hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
9.1 [6-0D] Mi a kivant célnémérséklet méd a hasznalati melegvizre? R/W 0: Csak ujrameleg.
1: Ujramelegit+prg
2: Csak program
9l [6-0E] Mi a maximum célhémérséklet? R/W 40~60°C, fokozat: 1°C
60°C
9.1 [7-00] A hasznélati meleg viz segédfiitéelemének tullépési hémérséklete. R/W 0~4°C, fokozat: 1°C
0°C
9l [7-01] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének hiszterézise. R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
2°C
9l [7-02] Hany kiilénboz6 kilépd vizh6mérséklet zona sziikséges? R/W 0: 1vizhémérs zéna
1: 2vizhémérs zéna
9. [7-03] - 2.5
9.l [7-04] - 0
9.1 [7-05] kazan haték. R/W 0: Nagyon magas
1: Magas
2: Kézepes
3: Alacsony
4: Nagyon alacsony
9.l [7-06] Kompresszor kényszerkikapcsolasa R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9l [7-07] BBR16 aktivalas R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [8-00] A hasznalati meleg viz el6allitasanak legkisebb Uzemideje. R/W 0~20 perc, fokozat: 1 perc
1 perc
9l [8-01] A hasznalati meleg viz eléallitasanak legnagyobb izemideje. R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
30 perc
9.l [8-02] Ciklusok kozotti id6tartam. R/W 0~10 ora, fokozat: 0,5 6ra
0.5 6ra
9l [8-03] Segédfiitéelem késleltetési idézitdje. R/W 20~95 perc, fokozat: 5 perc
50 perc
9l [8-04] A maximalis futasi id6 kiegészitd futasi ideje. R/W 0~95 perc, fokozat: 5 perc
95 perc
9l [8-05] Enged id6jarasfiiggé eléremend haszn.-at a szoba vezérléséhez? R/W 0: Nem
1: lgen
9.l [8-06] A kilép6 vizhémérséklet maximalis szabalyozasa. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
5°C
9.l [8-07] - 18
9. [8-08] - 20
9l [8-09] Mekkora a kért kényelmi vizhém. a f6 (1.) zonaban fiitésben? R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
35°C
9l [8-0A] Mekkora a kért gazdasagos viz- hém. a f6 (1.)zénaban flitésben? R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9.l [9-00] Mekkora a maximum kivant kilép6 vizhém. a f6 zénaban flitésben? R/W 2-0C1=2:
37~65°C, fokozat: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
9l [9-01] Mekkora a minimum kivant kilépd vizhémérséklet a f6 zonaban fiités esetén? R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
9. [9-02] - 22
9.l [9-03] - 5
9. [9-04] A kilép6 vizhmérséklet tillépési hémérséklete. R/W 1~4°C, fokozat: 1°C
1°C
9l [9-05] Mekkora a minimum kivant kilép6 vizhmérséklet a kiegészité zonaban fités R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
esetén? 25°C
9l [9-06] Mekkora a maximum kivant kilép6 vizhém a 2.zénéban fiitésben? R/W 2-0D]=2:
37~65°C, fokozat: 1°C
55°C
2-0D1#2:
37~55°C, fokozat: 1°C
55°C
9.l [9-07] - 5
9.l [9-08] - 22
9l [9-09] Mennyi a megengedheté negativ irdnyu eltérés hiités esetén? R/W 1~18°C, fokozat: 1°C
18°C
9l [9-0A] Fités kényelmi célhémérséklete R/W [3-07]~[3-06]°C, fokozat: 0,5°C
23°C
9.l [9-0C] Szobahémérséklet hiszterézise. R/W 1~6°C, fokozat: 0,5°C
1°C

(*1) *3V*
(*2) *6V*
4P629095-1B - 2022.05 (*3) *ow*
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9.l [9-0D] Szivattyusebesség korlatozasanak kiegészité zonaja R/W 0~8, fokozat:1
0: Nincs korl.
1~4: 90~60%-os szivattylisebesség
5~8: 90~60%-o0s szivattyusebesség
mintavétel kézben
6
9l [9-0E] Szivattylsebesség korlatozasanak f6 zénaja R/W 0~8, fokozat:1
0: Nincs korl.
1~4: 90~60%-o0s szivattylsebesség
5~8: 90~60%-0s szivattylisebesség
mintavétel kdzben
6
9.1 [C-00] Hasznalati fiitéviz els6bbsége. R/O 1: Hoszivattyu els6bbsége
9. [C-01] -
9.l [C-02] Van egyéb kiils6 rasegito flités csatlakoztatva? R/W 0: Nem
1: Bivalens
9l [C-03] Bivalens aktivalas hémérséklete. R/W -25~25°C, fokozat: 1°C
0°C
9.l [C-04] Bivalens hiszterézis hémérséklete. R/W 2~10°C, fokozat: 1°C
3°C
9l [C-05] Mi a fiitési kérés kapcsolattipusa a f6 zénara? R/W 0: -
1: 1 csatlakozé
2: 2 csatlakozé
9.1 [C-06] Mi a fiitési kérés kapcsolattipus a kieg.zénara? R/W 0: -
1: 1 csatlakozd
2:2 lakozé
9.l [C-07] Mi az egységvezérlési mod a helyiség lizemmod esetében? R/W 0: Kilép vizh6-vez
1: Kiils6 sz.term
2: SzobTerm-vezérl
9.l [C-08] Milyen tipusu kiilsé érzékeld van beszerelve? R/W 0: Nem
1: Kiils6 érzékeld
2: Szobai érzékeld
9. [C-09] Milyen a sziikséges riasztasi kimenet kapcsolattipus? R/W 0: Normal nyitva
1: Normal zart
9.l [C-0A] - 0
9.l [C-0B] - 0
9. [C-0C] - 0
9.l [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - 0
9l [D-00] Melyik flitéegység enged., ha a kedv. kWh tépell. kikapcs.? R/W 0: Nincs
1: CsakHMV segédf.
2: Csak kieg. fiit.
3: Minden fiitéelem
9l [D-01] A kedvezményes kWh dijszabasu betap kapcsolattipusa? R/W 0: Nem
1: Aktiv nyitott
2: Aktiv zart
3: Okoshaldzat
9. [D-02] Milyen tipust HMV cirkulaciés szivattyt van beépitve? R/W 0: Nem
1: Cirkulac. sziv.
2: Fert6t. megker.
9l [D-03] Kilép& vizhémérséklet kompenzacids értéke korilbellil 0°C. R/W 0: Nem
1: novekedés 2°C, tartomany 4°C
2: névekedés 4°C, tartomany 4°C
3: novekedés 2°C, tartomany 8°C
4: ndvekedés 4°C, tartomany 8°C
] [D-04] Van kommunikaciés panel csatlakoztatva? R/W 0: Nem
1: Energiaf.-vez.
al [D-05] Enged. szivatty( miikodése, ha a kedv. kWh tapell. kikapcs.? R/W 0: Kénysz.kikapcs.
1: Mint normal
9. [D-07] Van szolarkészlet csatlakoztatva? R/O 0: Nem
9.1 [D-08] Van kiilsé6 kWh-mér6 az energia méréséhez? R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1 imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
9l [D-09] Van kiilsé kWh-mér6 az energia méréséhez? R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
6: 100 imp./kWh (PV meter)
7: 1000 imp./kWh (PV meter)
8: 1 impulzus/m? (gazmérd)
9: 10 pulses/m® (gazmérd)
10: 100 pulses/m? (gazméré)
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
9.l [D-0C] - 0
9l [D-0D] - 0
9.l [D-0E] - 0
9l [E-00] Milyen tipust egység van beszerelve? R/O 0~5
0: Al. h6m osztott
9. [E-01] Milyen tipust kompresszor van beszerelve? R/O 0
9.l [E-02] Mi a beltéri egység szoftverének tipusa? R/O 1: Csak fiités
9.l [E-03] Hany fokozatu a kiegészité fiites? R/O 2:3V (1)
3: 6V (*2)
4: 9W (*3)
9.l [E-04] Az energiatakarékossag funkcié elérhet6 a kiiltéri egységen? R/O 0: Nem
1: lgen
9. [E-05] Képes a rendszer hasznalati melegvizet késziteni? R/O 0: Nem
1: Igen
9l [E-06] Van HMV-tartaly beszerelve a rendszerbe? R/O 0: Nem
1: lgen
9.l [E-07] Milyen tipusti HMV-tartély van beszerelve? R/O 1: Beépif
9.l [E-08] A kiiltéri egység energiatakarékos funkcidja. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9. [E-0B] Van kétzona szett beépitve? R/O 1: Igen
9.l [E-0C] - 0
(*1 ) *3V~k
(*2) *6V*
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9.1 [E-OD] Van glikol a rendszerben? 0
9.l [E-OE] - 0
9. [F-00] Szivattyimiikddés engedélyezett a tartomanyon kiviil. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [F-01] - 20
9l [F-02] Alaplemezfiités bekapcsolasi hémérséklete. R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
3°C
9.l [F-03] Alaplemezfiités hiszterézise. R/W 2~5°C, fokozat: 1°C
5°C
9l [F-04] Van alaplemezfiités csatlakoztatva? R/W 0: Nem
1: lgen
9.l [F-05] . 0
9l [F-09] Szivattyimiikodés aramléasi rendellenesség kozben. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9. [F-0A] - 0
9l [F-0B] Elzarészelep zarva, ha a fiités Kl van kapcsolva? R/W 0: Nem
1: Igen
9.1 [F-0C] - 1
9l [F-0D] Mi a szivattyt Gizemmodja? R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés

(*1) *3V*
(*2) *GV*
4P629095-1B - 2022.05 (*3) *ow*
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