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1 | A dokumentum bemutatésa

1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség
Képesitett szerel6k

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdacidkészlet a
kovetkez&kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés el6tt

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

Uzemeltetési kézikonyv:

- Gyors osszefoglald az egyszer(i felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaldi referencia-itmutato:

- Részletes, |épésrdl-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informaciok az alapvetd
és a halado felhaszndldsi modokrol

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

= Szerelési kézikonyv — Kiiltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozdban)
= Szerelési kézikonyv — Beltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Szerelési el6késziletek, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok stb.

- Formatum: Digitdlis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfeleld modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

A mellékelt dokumentdcid legljabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezhetbk be.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelvl. A tobbi nyelvl valtozat az utmutatd
eredeti szovegének a forditadsa.

Miiszaki adatok

= A mdUszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet§) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidéja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhato (jelszo szikséges).

Online eszk6zok

A dokumentaciokészleten kivil néhany online eszkoz is elérheté a szerel6k
szamara:

EKHWET90+1208B
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1 | A dokumentum bemutatasa

= Heating Solutions Navigator

- Digitdlis szerszamkészlet, amely szamos eszkozt kindl a flit6é rendszerek
felszerelésének és konfigurdldasanak elésegitésére.

- A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me platformon valé
regisztracioé szikséges. Tovabbi informacio: https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- A szerel6k és szerviztechnikusok szamadra készilt mobilalkalmazas, amely
lehetévé teszi a f(it6 rendszerek regisztracidjat, konfigurdlasat és
hibaelharitasat.

- Haszndlja az aldbbi QR-kddot, hogy letdlthesse a mobilalkalmazédst i0OS és
Android rendszer(i eszk6zokhoz. Az alkalmazas eléréséhez a Stand By Me
platformon valé regisztracio sziikséges.

App Store

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

> B> P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy haldlos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

Sl
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INFORMACIO

o
l Hasznos tipp vagy tovabbi informacid.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés

Magyarazat

(3]

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Uzemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozdasi utmutaté
abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés elStt olvassa el a
szerelési kézikdnyvet.

LI

Tovabbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kozben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jelolés

Magyarazat

Az dbra cimét vagy a ra mutato hivatkozast jelzi.

Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.

&

A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

jelenti.

Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tabldzatat"

1.2 A szerelGireferencia-Utmutato attekintése

Fejezet

Leiras

A dokumentum bemutatasa

A szerel6 rendelkezésére allo dokumentumok

Altaldnos biztonsagi
ovintézkedések

A szerel6re vonatkozo specialis
biztonsagi utasitasok

Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia
a felszerelés el6tt

A doboz bemutatéasa

A doboz kezelése, az egységek kicsomagoldsa és
a tartozékok eltdvolitasa

Egységek és opciok

= Az egységek azonositasa
= Egységek és opcidk lehetséges kombinacioi

Hasznalati irdnyelvek

A rendszer kilonbozé felszerelési beallitasai

Az egység felszerelése

A rendszer felszerelésével kapcsolatos teendék
és tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez szilkséges informacidkat

A csovek felszerelése

A rendszer csoveinek felszerelésével kapcsolatos
teenddk és tudnivalok, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez szilkséges informacidkat
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1 | A dokumentum bemutatasa

Fejezet

Leiras

Elektromos felszerelés

A rendszer elektromos alkatrészeinek
felszerelésével kapcsolatos teenddk és
tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informacidkat

A kultéri egység felszerelésének
befejezése

Az egység és a csovek felszerelése, valamint az
elektromos felszerelés utani teenddk

Bedllitas

A rendszer felszerelés utani konfiguralasaval
kapcsolatos teenddk és tudnivaldk

Belizemelés

A rendszer konfigurdlds utani belizemelésével
kapcsolatos teenddk és tudnivaldk

Atadas a felhasznaldnak

Mit kell atadni és elmagyardzni a felhasznalénak

Karbantartas és szerelés

Az egységek karbantartdsa és szerelése

Hibaelharitas

Tennivalok problémak esetén

Hulladékkezelés

A rendszer hulladékkezelésének mddja

M{szaki adatok

A rendszer mUszaki jellemzéi

Szdszedet

Fogalommeghatdrozdsok

Helyszini beallitdsok tablazata

A tablazatot a szerel6nek kell kitdltenie, és meg
kell tartani tovabbi hivatkozas céljabdl

Megjegyzés: A felhasznaldi referencia-
Utmutatdban talalhatd egy szerel6i beallitadsok
tablazat is. Ezt a tablazatot a szerel6nek kell
kitoltenie, és at kell adnia a felhasznaldnak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 A EIEPIEGINEK ...ttt et h et h etk eh ettt A et s ettt ettt sttt ekttt ettt

211
212
213
214
2.1.5

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Altalanos

Felszerelés helye
HUit6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy mikddtesse az egységet, Iépjen
kapcsolatba forgalmazéjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad mikéd6é rendszernél vagy a miikodés utdan kozvetlenldl a
hltékozegesovekhez, a vizcsovekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszahll a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védSkeszty(it.

= Avéletlentl szivargo hlit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hidnyaban KIZAROLAG a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket
haszndljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi elGirdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentdcidban leirt Gtmutatasok betartasa mellett).

FIGYELEM

A miianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, flistélést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkesztydt és -szemiveget stb.).

>B BBk B B P

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készdlék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, feltlni vagy felalini.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzékonyvet
biztositani a termékhez, amely legalabb a kovetkezé informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id6szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatas a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlizoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurdpaban az EN378 tartalmazza a jegyz6kdnyvre vonatkozé Utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység korul.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 teriletet. NE fedje le a szell6z8nyildsokat.

= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek Gzemelnek. Az
elektromagneses hulldamok megzavarhatjak a vezérl§ rendszert, a berendezés
mUikodészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlizveszélyes gdzok szivargdsa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gdz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztdsok korrézidja a hiit6kozeg szivargdsat okozhatja.

2.1.3 H(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szerel8i referencia-Utmutatdjat.

1, VESZELY: ROBBANASVESZELY

Y

‘ {3 Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hiit6kozeg szivarog a h(itékorbdl:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden h(t6kdzeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A miikod6 kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbandsr okoz.

* Haszndljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM
A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (lasd a

berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hit6kozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A hitéfolyadékot MINDIG gydijtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattydval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. HUt6kozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utdn szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejuto oxigén 6ngyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb
hltékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg roéla, hogy a h(it6kozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépdban az EN378 szabvéany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozdsok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csészerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI o PP P

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatd hiit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve hlit6kozeggel vagy az
egység nincs feltdltve, akkor a cséméretektdl és a cs6hosszaktdl flggden
hitékozeg-utantoltésre lehet szikség.

= A kell6 nyomasallésag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megel6zése érdekében KIZAROLAG a h(itékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlt6kozeget az aldbbiak szerint:

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbeto6lts szifonnal
ellatva) felirat 1athato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazallapotu
hit6kozeg betoltése hibds mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmaradod
nyomas tovabbi hitékozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hiit6kézeg-mennyiség.

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

2.1.4 Viz

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szerelGi referencia-Utmutatoéjat.

MEGJEGYZES
Kizardlag a 2020/2184 EU-irdnyelvnek megfelel§ mindségl vizet hasznaljon.

2.1.5 Elektromos

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszultség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= A szervizfedél eltdvolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategoriaju tulfesziltség lépne fel.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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A

FIGYELEM
* CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irdsoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csdvekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kilsé nyomas.

= Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tllfesziltség-levezetéhoz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapellatasrol Gzemeltetni.

® Gondoskodjon rodla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelGvezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldelvezetéket.

= A tdpkabel feszlltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elSbb, és ne a foldelSvezetéké.

®

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elGirdsok:
( [ ) eon @
v X X

= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tulmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
jol meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozopanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

EKHWET90+1208B
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Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldamhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tdvolsdg sem elégséges.

MEGJEGYZES
KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatds haromfazisu és a kompresszor BE/KI

inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Felszerelés helye (lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 28])

FIGYELEM
Az egység megfeleld telepitéséhez kovesse a jelen kézikdnyvben a szerelési térhez

megadott méreteket. Lasd: "7.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd
kovetelmények" [» 28].

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem makaédik allandd gyujtéforras
(példaul: nyilt lang, mkodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

NE haszndljon Ujra olyan hitékozegcsovet, amelyet mar hasznaltak mas
hltékozeggel. Cserélje ki vagy tisztitsa meg alaposan a h(it6kozegcsdveket.

FIGYELEM

A készllék az IPX3. Ha a terméket flrdGszobaban szereli fel, kdvesse az ilyen
helyeken torténd felszerelésre vonatkozo jogszabalyokat.

> B P

Az R32 egységre vonatkozo specialis kovetelmények (lasd: "7.1.2 Az R32
egységekre vonatkozé specidlis kdvetelmények" [» 29])

FIGYELEM

= NE szurja fel, vagy tegye ki hé hatdsanak a hiit6kozegkor alkatrészeit.

* NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktol eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

= Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(it6kozeg teljesen SZAGTALAN.

FIGYELEM

A készlléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol nem éri mechanikus
sériilés, és ahol nincs folyamatosan sugarzo tlzforras (példaul nyilt langok, m(ikodé
gazkészUlék vagy mikods elektromos fiitd).

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartads és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirdsoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM

R32 h(it6kozeget haszndlo egységeknél az Osszes szlikséges szell6zOnyilast tartsa
szabadon és akadalymentesen.

> B B P

Az egységek felnyitasa és lezarasa (lasd: "7.2 Az egységek felnyitasa és
lezarasa" [» 36])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitdsa utan NE hagyja fellgyelet nélkil az egységet.

>
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

> B

A beltéri egység felszerelése (lasd: "7.3 A beltéri egység felszerelése" [» 37])

FIGYELEM

A beltéri egység felszerelési modjanak meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt
utasitasoknak. Lasd: "7.3 A beltéri egység felszerelése" [» 37].

>

A csovek felszerelése (lasd: "8 Csdszerelés" [» 40])

FIGYELEM

A kuls6 csovek felszerelésének meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt
utasitasoknak. Lasd: "8 Cs@szerelés" [» 40].

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet
okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Gveghazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hltékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(t és véddszemiveget.

VIGYAZAT

* Ha a mechanikus csatlakozdkat beltéren Ujrahasznaljdk, akkor a tomitéseket
Ujakra kell cserélni.

® Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren uUjrahasznéljak, akkor a hollandi
anyakat Ujrakra kell cserélni.

FIGYELEM

NE szereljen szelepeket a hasznalatimelegviz-tartdly modul és a nyomascsokkentd
szelep kozé.

FIGYELEM

A tolcsért az elektromos eszkozoktdl tavol kell elhelyezni. Lehetséges kovetkezmény:
Aramiités vagy t(iz.

> B B PP P

Elektromos felszerelés (lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 46])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

>

SzerelGi referencia-Utmutato
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A

FIGYELEM
Az elektromos vezetéknek meg KELL felelnie az alabbiak utasitdsainak:
= Ez a kézikonyv. Lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 46].

= Az egységhez mellékelt elektromos huzalozasi rajz, amely a beltéri egység
kiegészit6flitGelem-fedelének a belsején taldlhaté. A jelmagyardzatat lasd:
"15.2 Kabelezési rajz: beltéri egység" [» 113].

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

A

FIGYELEM

® Ha a tapellatasban hidnyzo vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a
berendezés nem fog mikaodni.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A hidanyos
vagy helytelen foldelés dramitést okozhat.

= Szerelje be a sziikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kulonésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon muanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kdbelt haszndljon tapkabelként.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

FIGYELEM

A segédflitéelemnek rendelkeznie KELL kilon tapellatassal, és a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

> BBk P

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a segédflitéelem tapellatasat és a foldkabelt.

i @

INFORMACIO

A biztositékok, a biztositéktipusok és a megszakitok névleges értékeivel kapcsolatos
részletekért lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 46].
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Konfiguralas (lasd: "10 Konfiguralas" [» 52])

VIGYAZAT

A fert6tlenités funkcio beallitasait a szerel6nek KELL megadnia a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen.

FIGYELEM

Arra Ggyelni kell, hogy a fertétlenités Gzemmaod utan a kifolyé hasznalati meleg viz
hémeérséklete a [2-03] helyszini beallitas értéke szerinti lesz.

> B

Ha a hasznalati meleg viz tul magas hémérséklete személyi sériilés kockdzatat jelenti,
egy keverGszelepet (nem tartozék) kell a haszndlatimelegviz-tartdly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a keverdszelepnek kell biztositania, hogy a
kifolyd meleg viz h6mérséklete soha ne mehessen egy beallitott maximalis érték folé.
A meleg viz megengedett legnagyobb hémérsékletét a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelel6en kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg roéla, hogy varhatéan NEM jelentkezik majd hasznalatimelegviz-igény
a fert6tlenitési funkcio kezdési idejekor [5.7.3] és meghatédrozott idétartama kozben
[5.7.5].

>

7

Belizemelés (lasd: "11 Belizemelés" [» 97])

FIGYELEM

A belizemelésnek meg KELL felelnie a jelen kézikdnyvben foglalt utasitdsoknak. Lasd:
"11 Belizemelés" [» 97].

>

7

Karbantartas és szervizelés (lasd: "13 Karbantartas és szerelés" [» 102])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyo viz esetenként nagyon forré.

FIGYELEM

Ha a bels6 huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A viz a tartdlyban nagyon forro lehet.

> B BB P

Hibaelharitas (lasd: "14 Hibaelharitas" [» 105])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

>

SzerelGi referencia-Utmutato
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3 | A telepit6knek sz6lé biztonsagi utasitasok

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
* Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az

egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsdgi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszk6zoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM
A hdémegszakitd véletlen visszaadllitdisa miatti balesetek elkertléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoléeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a kézmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

FIGYELEM
F3-00 esetén ht6kozeg-szivargas kdvetkezhet be. Forduljon a szerel6hoz.

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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4 A doboz bemutatdsa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

4.1 Beltéri egység

4.1.1 A beltéri egység kicsomagoldsa

4.1.2 Tartozékok eltdvolitdsa a beltéri egységhdl

Egyes tartozékok az egység belsejében taldlhatok. Tovabbi informacio az egység
felnyitdsardl: "7.2.2 A beltéri egység felnyitasa" [» 36].

a WLAN-kazetta

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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b Altaldnos biztonsagi dvintézkedések
¢ Uzemeltetési kézikdnyv
d Beltéri egység szerelési kézikdnyve

EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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5 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

5.1 AAZONOSIEAS ..ttt b h bttt 22
5.1.1 Azonosito cimke: Beltéri egység

52 A beltéri egységhez elérheté egyéb opciok

5.1 Azonositas

5.1.1 Azonosité cimke: Beltéri egység

Hely

A modellek azonositasa

Példa: EKHW E T 120 BA V3

Kod Leiras
EK Eurdpai készlet — Daikin markaju
HW Melegviz alacsony hémérséklethez
E Zomanc
T Falra szerelt
120 Térfogat literben
BA Modellsorozat
V3 1~/230V /50 Hz

5.2 A beltéri egységhez elérhetd egyéb opcidk

PC-kabel (EKPCCAB4)

A PC-kdbel kapcsolatot Iétesit a beltéri egység kapcsolddoboza és egy szamitdgép
kozott. Lehetdvé teszi a beltéri egység szoftverének frissitését.

A szerelési utasitasokért Iasd:

= a PC-kdbel szerelési kézikonyvét

= "10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatdsa a kapcsolédobozhoz" [» 55]

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
R32 Split sorozat — Hasznalatimelegviz-tartély
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6 Hasznalati iranyelvek

Ebben a fejezetben

6.1 Attekintés: NaSZNAIAti IFANYEIVEK ............oovoeeeeeeeeeeeee oottt 23
6.2 A hasznélatimelegviz-tartaly bedllitdsa.................... 23
6.2.1 Rendszer elrendezése — Onallé HMV-tartaly 23
6.2.2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének Kivalasztasa..........coovoeieiiireiiieieieiecceee e 23
6.2.3 Osszedllitas és konfiguralds —"HMV-TArTAlY .........coccovveveiiiieseieiesece e 25
6.3 Az energiafogyasztds-VezErIG DEAIASEA ... ...oiiiiiiiee ettt 25
6.3.1 Folyamatos aramforras-korlatozas. 26
6.3.2 Az dramforrds-Korlatozas fOlYamMata. .. ..o i 26

6.1 Attekintés: hasznalati iranyelvek

A haszndlati iranyelvek célja, hogy betekintést engedjen a hdszivattyurendszer
lehetdségeibe.

®

MEGJEGYZES

®= A haszndlati iranyelvek abrai kizarolag referenciaként szolgalnak, és NEM
hasznalhatok részletes hidraulikai diagramként. A részletes hidraulikai méretezés
és kiegyensulyozas NINCS feltlintetve, azok a szerel6 felel6sségét képezik.

= A h&szivattyd muikodésének optimalizalasara szolgdld  konfiguralasokkal
kapcsolatos tovabbi informaciok: "10 Konfiguralas" [» 52].

Ez a fejezet a kdvetkez6kkel kapcsolatos hasznalati irdnyelveket tartalmazza:

= A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

= Az energiafogyasztas-vezérl§ beallitasa

6.2 A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

6.2.1 Rendszer elrendezése — Onallé HMV-tartaly

nfa . pe
=R J

A Hasznalatimelegviz-tartaly
a Hidegviz BE
b Melegviz Kl

6.2.2 A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztasa

Az emberek 40°C h6émérsékleten érzékelik forrénak a vizet. Ezért a HMV-fogyasztas
minden esetben azonos mennyiségl, 40°C hémérsékletd viz formajaban van

kifejezve.

A HMV-tartdly hémérséklete bedllithaté magasabb értékre (példaul:

53°C), amely aztan hideg vizzel keveredik (példaul: 15°C).

A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztdsa az aldbbi
lépésekbdl all:

EKHWET90+1208B
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6 | Hasznalati irdnyelvek

1 A HMV-fogyasztas meghatarozasa (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletl meleg
viz).
2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének meghatarozasa.

A HMV-fogyasztas meghatarozasa

Valaszoljon a kovetkez§ kérdésekre, és szamitsa ki a HMV-fogyasztast (azonos
térfogatl, 40°C hémérséklet(i meleg viz) a jellemz& vizmennyiségek alapjan:

Kérdés Jellemz6 vizmennyiség
Naponta hany zuhanyzds varhaté? 1 zuhanyzds=10 percx10 |/min=100 |
Naponta hany flrdé varhaté? 1 furd6=150|
Mennyi vizre van szikség a konyhai 1 mosogatas=2 percx5 |/min=10 |
mosogatdban naponta?
Van egyéb hasznalatimelegviz-igény? —

Példa: Ha egy csalad (4 személy) napi HMV-fogyasztasa a kovetkezd:
= 3 zuhany

= 1flrdé

= 3 mosogatényi mennyiség

Akkor a HMV-fogyasztas=(3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének meghatdrozasa

Képlet Példa

V,=Vx(T,~T,)/(40-T,) Ha:

= V,=1201

= T,=54°C

= T,=15°C
Akkor V,=187 |
V,=V, x(40-T,)/(T,-T,) Ha:

= V,=480 |

. T,=54°C

. T,=15°C
Akkor V,=307 |

HMV-fogyasztas (azonos térfogatu, 40°C hEmérsékletld meleg viz)
A HMV-tartdly sziikséges térfogata, ha egyszer melegitik fel
HMV-tartdly hémérséklete

Hidegviz h6mérséklete

N

~

4-4<<

[

Lehetséges HMV-tartalyméretek

Tipus Lehetséges méretek
Onélld HMV-tartaly = 90|
= 1201

Energiatakarékossagi tippek

= Ha a HMV-fogyasztds naponta valtozd, programozhat hetes (temezést, minden
napra mas kivant HMV-tartalyhémérséklettel.

= Minél  alacsonyabb a HMV-tartadly  kivant ~ hdmérséklete,  annal
koltséghatékonyabb. Nagyobb HMV-tartdly valasztasaval csokkenthetd a tartaly
kivant hémérséklete.

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 | Hasznalati iranyelvek

= Maga a hészivattyu legfeljebb 53°C (vagy a kiltéri h6mérséklettdl figgben ennél

alacsonyabb) hémeérséklet(i hasznalati meleg viz el6allitasara képes. A tartalyba
épitett elektromos ellenallds novelheti a hémérsékletet. Ez azonban nagyobb
energiafogyasztdssal jar. Azt ajanljuk, hogy a HMV-tartaly kivant h6mérsékletét
53°C ald dllitsa be az elektromos ellendllds hasznalatdnak minimalisra
csokkentése érdekében.

Abban az esetben, ha tobb beltéri egység van a kiltéri egységhez csatlakoztatva:
amikor a hdszivattyl haszndlati meleg vizet (HMV-t) allit el6, a teljes
légkondicionalasi (A/C) igénytdl és a programozott prioritasi beallitastol figgben
el6fordulhat, hogy nem képes egyidejlleg hasznalati meleg vizet el&allitani és
légkondicionalni. Amennyiben a hasznalati meleg vizre és a légkondicionalasra
egyszerre van szlkség, azt javasoljuk, hogy a hasznalati meleg vizet az éjszaka
folyaman allitsa el8, amikor kisebb szikség van a légkondicionalasra, vagy akkor,
amikor senki sem tartdzkodik az épiletben.

6.2.3 Osszedllitas és konfiguralds —"HMV-tartaly

= Nagy HMV-fogyasztas esetén a HMV-tartaly naponta tobbszor is felmelegithetd.
= A HMV-tartdly kivant hémérsékletre torténd felf(itésére a kovetkezd

energiaforrasok hasznalhatok:
- A h6szivattyu termodinamikai ciklusa

- Elektromos segédf(itéelem

= Tovabbi informacidk a kovetkezékrdl:

- A haszndlati meleg viz el6allitdsdhoz  szlkséges  dramfogyasztds
optimalizalasaval kapcsolatban lasd: "10 Konfiguralas" [» 52].

- Az 0ndll6 HMV-tartdly vizcsoveinek a beltéri  egységhez torténd
csatlakoztatdsaval kapcsolatban 1dsd a HMV-tartdly szerelési Utmutatoéjat.

6.3 Az energiafogyasztas-vezérld beallitasa

A kovetkezd energiafogyasztds-vezérlSket veheti igénybe. A hibdval kapcsolatos
tovabbi informaciokért |asd: "Energiafogyasztas-vezérls" [» 88].

# Energiafogyasztas-vezérl6

1 |"6.3.1 Folyamatos daramforras-korlatozas" [» 26]

= A teljes hdészivattydrendszer (a kultéri és beltéri egység, valamint a
segédfltSelem) fogyasztdsanak korldtozasat teszi lehetévé egyetlen
allando beallitassal.

= Energiakorldtozas — teljesitmény (kW) vagy dramerd@sség (A).

MEGJEGYZES
Allitson be 3 kW minimalis daramfogyasztasi értéket a kovetkezdk érdekében:

= A jégmentesités Uzemmad biztositasara. Ellenkez6 esetben, ha a jégmentesités
tobbszor is megszakad, a h6cseréld befagyhat.

= HMV-el6allitas a segédflitéelem engedélyezésével.

EKHWET90+1208B
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6 | Hasznalati irdnyelvek

MEGJEGYZES

* Ha az Energiafogyasztds-vezérlé BE van kapcsolva, mikozben a kiltéri egység
légkondicionaldsi Gzemmddban van, el6fordulhat, hogy a segédflitGelem
hasznalata le van tiltva. Ebben az esetben a HMV-el6allitas biztositdsa érdekében
javasolt els6bbségi programot bedllitani a HMV-hez (lasd: "Lehetséges
programok" [» 62]), és minimalisra csokkenteni a Iégkondicionaldsi tizemmaodot
olyankor, amikor a HMV felf(itése varhato.

®

6.3.1 Folyamatos aramforras-korlatozas

A folyamatos dramforras-korlatozdas a rendszer maximalis feszlltség- vagy
aramerdésség bemenetének biztositdsa érdekében hasznos. Bizonyos orszagokban
jogszabalyok  korlatozzak a  térfltés és a HMV-elGallitds maximalis
aramfogyasztasat.

Osszeallitas és konfiguralas

= Nincs szUkség tovabbi berendezésre.

= Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [9.9] a felhasznaléi fellilet segitségével
(lasd: "Energiafogyasztas-vezérlg" [» 88]):

- Vdlassza a folyamatos korlatozas médot
- Vdlassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy dramerd@sség (A))

- Allitsa be a kivant dramforras-korlatozasi szintet
Pi
PLL

»t
i

Aramforras-bemenet
t 1d6
PLL Aramforras-korlatozasi szint
Aramforras-korlatozas aktiv
b Tényleges daramforras-bemenet

Q

6.3.2 Az aramforrds-korlatozas folyamata

A kultéri egység nagyobb hatékonysagot nyujt, mint az elektromos segédfiitéelem.
Emiatt a segédftéelem el6szor Kl van kapcsolva. A rendszer a kovetkezd
sorrendben korlatozza az dramfogyasztast:

1 Kikapcsolja a segédflit6elemet.
2 Korlatozza a kultéri egységet.

Példa
Az dramfogyasztas korlatozdsdnak menete a kdvetkezd:
Ph
‘ c
/b
7 a c
e
P, El&allitott h6

C. Felhasznalt energia
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cT O @D

Kultéri egység

Segédflitéelem

A kiltéri egység korlatozott miikddése
A klltéri egység teljes korl mikodése
A segédflitéelem BE van kapcsolva
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7 Egység beszerelése

Ebben a fejezetben

7.1 A Derendezés NelyENek EIGKESZITESE.........oov ittt ettt eenens 28
7.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozo kdvetelmenyek.........c.cccvciiiiiiniiiiiiiieece 28
7.1.2 Az R32 egységekre vonatkozd specidlis KOVETeIMENYEK ......c.ooviiiiiieiieice s 29
7.1.3 Uzembehelyezési sablonok 31
7.2 Az egységek felnyitasa és lezarasa 36
7.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa 36
7.2.2 A beltéri egység felnyitasa 36
7.2.3 A beltéri egység bezarasa 37

7.3 A beltéri egység felszerelése ........c.ccocovvvevininnnn.

731 A beltéri egység felszerelésének bemutatdsa
7.3.2 Ovintézkedések a beltéri egység felszerelésekor
733 A beltéri egység felszerelése

7.1 Aberendezés helyének el6készitése

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikaodik allando gyujtoforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatdsahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

FIGYELEM

NE hasznaljon Ujra olyan h(t6kozegcsovet, amelyet mar hasznaltak mas

hltékozeggel. Cserélje ki vagy tisztitsa meg alaposan a h(it6kozegcsoveket.

FIGYELEM

A készulék az IPX3. Ha a terméket flrd&szobaban szereli fel, kovesse az ilyen
helyeken torténd felszerelésre vonatkozo jogszabalyokat.

7.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozo kdvetelmények

o INFORMACIO

l Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
elGirasok" [» 9] fejezetben.

= A beltéri egységet kizdrdlag beltéri hasznalatra, 5~35°C kozotti kornyezeti
hémérsékletre tervezték.

= Vegye figyelembe a térkozok kialakitasaval kapcsolatos kovetkezd iranyelveket:

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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A térkozokre vonatkozd iranyelveken kivil azt is figyelembe kell venni, hogy mivel a

rendszerben a teljes hlit6kdzeg-mennyiség legaldbb 1,84 kg, a helyiségnek, ahova

beszereli a beltéri egységet, meg kell felelnie az "7.1.3 Uzembehelyezési

sablonok" [» 31] részben leirtaknak is.

NE szerelje fel az egységet olyan helyeken, ahol:

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegSben. A mianyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

= Zavaro lehet a mikodés hangja (példaul haldszoba kozelében).

= Olyan helyeken, ahol fenndll a fagyas lehet6sége. A beltéri egység koril a kilsé
hémérsékletnek 5°C-nal nagyobbnak kell lennie.

7.1.2 Az R32 egységekre vonatkozo specidlis kovetelmények

A térkozokre vonatkozé iranyelveken kivil azt is figyelembe kell venni, hogy mivel a
rendszerben a teljes hlit6kozeg-mennyiség legalabb 1,84 kg, a helyiségnek, ahova
beszereli a beltéri egységet, meg kell felelnie az "7.1.3 Uzembehelyezési
sablonok" [» 31] részben leirtaknak is.

FIGYELEM
= NE szurja fel, vagy tegye ki hé hatasanak a hiit6kozegkor alkatrészeit.

= NE alkalmazzon semmilyen, a gyartd altal ajanlottaktol eltéré modszert a
jégmentesitési folyamat felgyorsitasara vagy a berendezés tisztitasara.

® Tartsa szem el6tt, hogy az R32 h(it6kozeg teljesen SZAGTALAN.

tarolni, ahol nem mikodik allandd gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodd
gazkészulék vagy elektromos flit6berendezés) és a az alabbi alaptertlet( helyiséget
kell biztositani.

MEGJEGYZES

® NE haszndlja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégyriket.

= A h(it6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatdsara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

FIGYELEM

Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos eldirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM
A mechanikai sérilések elkerilése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly
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MEGJEGYZES
= A csGvezetékeket biztonsdgosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai

karosodastol.

= Alehet6 legkevesebb csévezetéket hasznalja.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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7.1.3 Uzembehelyezési sablonok

FIGYELEM
R32 h(it6kozeget hasznalo egységeknél az Osszes szlikséges szell6zényilast tartsa

szabadon és akadalymentesen.

Attol fuggben, hogy milyen tipusu helyiségben helyezik Gzembe a beltéri egységet, killonbdzd zembehelyezési
sablonok engedélyezettek:

A helyiség tipusa Engedélyezett sablonok
Nappali, konyha, gardzs, padlas, pince, taroldhelyiség 1,2
M(iszaki helyiség (azaz olyan helyiség, amelyben SOHA 1,2,3
nem tartdzkodnak huzamosabb ideig)
1. SABLON 2. SABLON 3. SABLON
(A (A} (B (AJ
c2 c2
o= o = Eel
c1 c1
Szell6z6nyilasok N/A Az A és B helyiség kozott Az A helyiség és a kiiltér
kozott
Minimalis alapteriilet A helyiség A helyiség+B helyiség N/A
Korlatozasok Lasd: "1. SABLON" [» 32], "2. SABLON" [» 32] és Lasd: "3. SABLON" [» 35]
"Tabldzatok az 1. és 2. SABLONHOZ" [» 33]

(A} A helyiség (=a helyiség, ahol a beltéri egység fel lett szerelve)

(B B helyiség (=a szomszédos helyiség)

cl Természetes szell6zést biztositd alsé nyilas

c2 Természetes szell6zést biztositd felsé nyilas

Hoeease | TENYleges kibocsatasi magassag:

A padlétol 100 mme-rel az egység teteje alattig.

N/A | Nem alkalmazhato

Minimalis alapterulet/kibocsatasi magassag:

= A minimalis terlletre vonatkozé kovetelmények a hiit6kozeg kibocsatasi
magassagatol figgnek szivargas esetén. Minél nagyobb a kibocsatdsi magassag,
annal kevésbé megszoritdéak a minimalis terlletre vonatkozd kévetelmények.

= Az alapértelmezett kibocsatasi pont 100 mm-rel az egység teteje alatt van.

= A szomszédos helyiség (=B helyiség) alapteriiletét is kihaszndlhatja, ha
szell6z8nyildsokat épit be a két helyiség kdzé.

= MUszaki helyiségek (azaz olyan helyiségek, amelyekben SOHA nem tartézkodnak
huzamosabb ideig) esetében az 1. és 2. sablonokon kivil hasznalhatja a

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3. SABLONT is. Ennél a sablonndl nincsenek a minimalis alapteriletre vonatkozo
kévetelmények, amennyiben biztosit 2 szellzényilast (egyet alul, egyet felll) a
helyiség és a kiltér kozott a természetes szell§zés érdekében. A helyiséget meg
kell védeni a fagy ellen.

1. SABLON

KEZDJE ELAZ 1. SABLONT

Lasd az 1. tablazatot:
Elég nagy az A helyiség terllete
(AroomA) @ megadott
hitékézeg-mennyiséghez és
kiengedési magassaghoz?

2. SABLON

I (=]

Az Apy-min
min. 50%-a

Anv(ZAny-min)

Szerel6i referencia-ttmutato PDAIKIN EKHWET90+1208
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Kezdje el a 2. SABLONT

Anv, Anv-min
-

Szamitsa ki az Gsszteriletet. Lasd a 4. tablazatot: Keresse meg a szomszédos szobaval természetes
(Asssz=Aanelyiseg*ABhelyiség) szell6zést biztosito alsé nyilas minimalis teriiletét (Any-min) az adott
hitékdzeg-mennyiségre, az A helyiség tertiletére (Appelyiseg) [! NEM

A helyiség + B helyiség !] és a megadott kiengedési magassagra (H1)
vonatkozoéan.

Lasd az 1. tablazatot:
Elég nagy az dsszteriilet (Atotal)
a megadott hiitékézeg-mennyiséghez
és kiengedési magassaghoz?

Igen Megvalésithaték a gyakorlat-
ban olyan szelléz6nyilasok, amelyek
megfelelnek az el6irt A, min kovetelményének és
az eléz6 oldalon talalhato, "Szell6zényilasokra
vonatkozé feltételeknek"?
\ J
Nem
\_ J
Igen
l ~
NEM szerelheti be az egységet a helyiségbe. Beszerelheti az egységet az A helyiségbe, ha létrehoz
Helyezze az egységet egy nagyobb helyiségbe vagy magasabbra szell6zényilasokat.
(a megfelel6 kiengedési magassag kivalasztasahoz lasd
a 2. tablazatot) A szell6zényilasoknak meg kell felelnitik az eldirt A,y _min

kévetelményének és az el6z6 oldalon talalhatd
"Szell6zényilasokra vonatkozo feltételeknek™.

AZ_ Anv-min
min. 50%-a

Anv(zAnv—min)

Tablazatok az 1. és 2. SABLONHOZ

1. tablazat: Minimalis alapteriilet

Vegye figyelembe a kovetkezéket:

* Az alapterilet koztes értékeihez haszndlja az alacsonyabb érték oszlopdat. Példa: Ha az alaptertlet 1,7 m?
hasznélja a 1,65 m? oszlopat.

* A hit6kozeg-mennyiség koztes értékeihez haszndlja a nagyobb értéket tartalmazo sort. Példa: Ha a h(tékozeg-
mennyiség 2,35 kg, hasznalja a 2,4 kg-ra vonatkozo sort.

Minimalis alapteriilet (m?)

Mennyiség (kg) Kibocsatasi magassag (m)

1,23 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70

2,2 9,81 8,14 6,60 5,80 531 4,90 4,55 4,25 3,99 3,75 3,54

2,3 10,72 8,90 7,21 6,06 5,55 5,13 4,76 4,44 4,17 3,92 3,70

2,4 11,67 9,69 7,85 6,49 5,80 5,35 4,97 4,64 4,35 4,09 3,87

2,5 12,66 10,51 8,52 7,04 6,04 5,57 518 4,83 4,53 4,26 4,03

2,6 13,70 11,37 9,21 7,61 6,40 5,80 5,38 5,02 4,71 4,43 4,19
EKHWET90+1208B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2. tablazat: Minimalis kibocsatasi magassag

Vegye figyelembe a kovetkezéket:

* Az alapterilet koztes értékeihez hasznalja az alacsonyabb érték oszlopét. Példa: Ha az alaptertiilet 5 m?, hasznélja

a 4,00 m? oszlopat.

* A hiit6kozeg-mennyiség koztes értékeihez haszndlja a nagyobb értéket tartalmazo sort. Példa: Ha a h(tékozeg-
mennyiség 2,35 kg, hasznalja a 2,4 kg-ra vonatkozo sort.

Minimalis kibocsatasi magassag (m)

Mennyiség (kg) Alapteriilet (m?)
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
23 4,838 2,49 1,70 1,47 (*) (*) (*)
23 5,10 2,60 1,77 1,53 1,38 (*) (*)
2,4 5,32 2,71 1,84 1,59 1,43 (*) (*)
235 5,53 2,82 1,91 1,65 1,49 1,37 (*)
2,6 5,75 2,93 1,99 1,71 1,54 1,42 (*)

3. tablazat: Természetes szell6zést biztositd alsé nyilas minimalis teriilete

Vegye figyelembe a kovetkezéket:

* Hasznalja a megfelel§ tablazatot. A hUtdkozeg-mennyiség koztes értékeihez hasznalja a nagyobb értéket
tartalmazé tablazatot. Példa: Ha a h(it6kdzeg-mennyiség 2,34 kg, hasznalja a 2,4 kg-ra vonatkozo tablazatot.
* Az alapterilet koztes értékeihez haszndlja az alacsonyabb érték oszlopat. Példa: Ha az alapterilet 5 m?, hasznélja

a 4,00 m? oszlopat.

* A kibocsatasi magassag koztes értékeihez haszndlja a kisebb értéket tartalmazé sort. Példa: Ha a kibocsatasi
magassag 2,20 m, hasznalja a 2,05 m-re vonatkozé sort.

6zést biztositd alsé nyilas terilete.

* A :a természetes szell6zést biztositd alsé nyilas minimalis terUlete.

* A, atermészetes sze

nv-min-*

* (*): OK (nincs szikség szell6z8nyilasokra).

Anv—min (dmz) -

ha a hiit6kozeg-mennyiség=2,2 kg

Kibocsatasi magassag (m)

Az A helyiség alapteriilete (m?) [! NEM az A+a B helyiség alapteriilete !]

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 4,7 31 15 0,7 (*) (*) (*)
1,45 4,0 2,3 0,6 *) *) (*) (*)
1,65 36 1,7 (*) (*) (*) *) (*)
1,85 3.2 1,2 (*) (*) (*) () (*)
2,05 28 0,7 (*) (*) (*) *) *)
2,25 2,5 03 (*) (*) (*) *) (*)
2,45 2,2 (*) (*) (*) () () (*)
2,65 19 *) *) (*) *) ") (")

A,..min (dM?) — ha a hiit6kozeg-mennyiség=2,4 kg
Kibocsatasi magassag (m) Az A helyiség alapteriilete (m?) [! NEM az A+a B helyiség alapteriilete !]

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 5.2 3,6 2,0 1,3 0,6 (*) (*)
1,45 4,6 2,8 1,1 0,2 (*) (*) (*)
1,65 4,1 2,2 0,3 (*) (*) (*) (*)
1,85 36 1,7 (*) (*) (*) *) (*)
2,05 3.2 1,2 (*) (*) (*) () (*)
2,25 2,9 0,7 (*) (*) () () (*)
2,45 26 03 (*) (*) (*) *) (*)
2,65 2,3 () (*) (*) (*) *) (*)

A, min (dM?) = ha a hiit6kézeg-mennyiség=2,6 kg
Kibocsatasi magassag (m) Az A helyiség alapteriilete (m?) [! NEM az A+a B helyiség alapteriilete !]

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 58 4,2 2,6 1,9 13 0,6 (*)
1,45 5,1 33 16 0,8 (*) * (*)

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET90+1208B
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A,.min (dM?) = ha a hiit6k6zeg-mennyiség=2,6 kg
Kibocsatasi magassag (m) Az A helyiség alapteriilete (m?) [! NEM az A+a B helyiség alapteriilete !]
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,65 4,5 2,7 08 (*) *) *) (*)
1,85 4,1 2,1 0,2 (*) (*) *) (*)
2,05 3,7 1,6 (*) (*) (*) (*) (*)
2,25 33 12 *) (*) (*) (*) (*)
2,45 3,0 07 (*) (*) (*) ") (*)
2,65 2,7 04 (*) (*) (*) (*) (*)
3. SABLON

A 3. SABLON hasznalata csak mdszaki helyiségekben engedélyezett (azaz olyan
helyiségekben, amelyekben SOHA nem tartdzkodnak huzamosabb ideig). Ennél a
sablonndl nincsenek a minimalis alapteriletre vonatkozd kovetelmények,
amennyiben biztosit 2 szell6z6nyilast (egyet alul, egyet felll) a helyiség és a kultér
kozott a természetes szell§zés érdekében. A helyiséget meg kell védeni a fagy
ellen.

Min. 50% of A a2—

nv-min

Anv GAny.min) a1

(A} A hasznalaton kivili helyiséget, ahol a beltéri egység fel lett szerelve,

meg kell védeni a fagy ellen.

al | A, Természetes szell§zést biztosito alsé nyilas a hasznalaton kivali
helyiség és a kultér kdzott.

= Alland6, nem zarhaté nyilasnak kell lennie.

= A talajszint felett kell lennie.

= Teljes egészében 0 és 300 mm kozott kell elhelyezkednie a
hasznalaton kivuli helyiség padléjatdl.

= Legaldbb akkoranak kell lennie, mint az A
terllete, az alabbi tablazat szerint).

wemin (@ISO nyilds minimalis

= A szlkséges nyilds A, terlUletének legaldbb 50%-a maximum
200 mm tavolsagra kell, hogy legyen a hasznalaton kivili helyiség
padlojatol.

= Az alsé nyilds aljanak a hasznalaton kivili helyiség padléjatél legfeljebb
100 mm-re kell lennie.

= Ha a nyilds a padlotol kezdddik, a magassaganak legaldbb 20 mm-nek
kell lennie.

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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a2 Természetes szell6zést biztositod felsé nyilas az A helyiség és a kiltér
kozott.

= Allandd, nem zarhaté nyildsnak kell lennie.

= Legaldbb az A, ., (alsé nyilds minimalis terllete, az aldbbi tablazat
szerint) 50%-dval megegyez§ teriletlnek kell lennie.

= A hasznalaton kivili helyiség padléjatél legalabb 1,5 m-re kell lennie.

A (a természetes szell6zést biztositd alsé nyilas minimalis teriilete)

nv-min

A hasznalaton kivili helyiség és a kultér kozotti természetes szell6zést biztositd alsd
nyilds minimalis szikséges terilete a rendszer teljes hUtSkozeg-mennyiségétdl
figg. A h(t6kozeg-mennyiség kodztes értékeihez haszndlja a nagyobb értéket
tartalmazé sort. Példa: Ha a h(it6kozeg-mennyiség 2,55 kg, hasznalja a 2,6 kg-ra
vonatkozd sort.

Teljes h(it6kozeg-mennyiség (kg) A, min (dm?)
2,20 7,5
2,30 7,7
2,40 7,9
2,50 8,0
2,60 8,2

7.2 Az egységek felnyitasa és lezarasa

7.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatdsa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsakor
= Az egység karbantartasakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

7.2.2 A beltéri egység felnyitasa

1 Tavolitsa el az alsé fedelet, hogy a kapcsolddobozhoz vezethesse a kdbeleket.

2 Tavolitsa el a felsé fedelet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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7.2.3 Abeltéri egység bezarasa

1 Szerelje vissza a kapcsolddoboz fedelét.
2 Szerelje vissza a felsé boritast.

3 Szerelje vissza az also fedelet.

MEGIJEGYZES
A beltéri egység fedelének lezdrasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE

|épje tul a 2,94 Nem értéket.

7.3 Abeltéri egység felszerelése

7.3.1 Abeltéri egység felszerelésének bemutatdsa

Mikor

El6szor a kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a h(it6kozeg- és
vizcsdveket csatlakoztathatnad.

7.3.2 Ovintézkedések a beltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhatd biztonséagi elSirasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonségi elSirasok” [» 9]

= "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 28]

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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7.3.3 A beltéri egység felszerelése

MEGJEGYZES
Gy6z6djon meg arrol, hogy a fal, amelyre a késziléket felszereli, elbirja a vizzel

feltoltott készulék sulyat.

1 Helyezzen be 2 tiplit a falba, és illesszen a tiplikbe (de ne teljesen) 2 csavart
alatétekkel.

I I
' 440 i
1 I I 1
1 1
T .
) ~ 1 ~
| ~%\@ | ~%\@
i 1
! .. ! ..
1 o 4 1 .2
ls! :
83! B
o
E|g] .
|y : :
- Q! 1
~|8! :
1 1
1 1
P T T e e S 4
1 1
1 1
o
o
™
A
[mm]

2 Emelje fel az egységet.

3 Csatlakoztassa az egységet a falra:

= Keresse meg az egység hatuljan, a 2 csavar felett [év§ tartét.
* Engedje le az egység hatuljan, a 2 csavar felett |évé tartot.

* HlUzza meg a 2 csavart.

» Gy6zEdjon meg roéla, hogy az egység rogzitése megfeleld.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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8 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

8.1 A hiit6kozegesovek elEKESZItESe ...

8.1.1 A htitékozegesovekre vonatkozé kovetelmények
8.2 A hit6kozegesovek csatlakoztatdsa
8.2.1 A h(it6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

83 A vizcsovek el6készitése
8.3.1 A vizkorre vonatkozo kovetelmények
8.4 Vizvezetékek csatlakoztatasakor

8.4.1 A vizvezetékek csatlakoztatdsdnak bemutatdsa
8.4.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor
8.4.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa..........ccoevevnnnnn.
8.4.4 A keringet8csovek csatlakoztatdsa

8.4.5 A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése

8.1 A h(tékozegcsovek el6készitése

8.1.1 A h(t6kdzegesdvekre vonatkozd kovetelmények

INFORMACIO

elGirasok" [» 9] fejezetben.

o
l Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi

Ujakra kell cserélni.

anyakat Ujrakra kell cserélni.

VIGYAZAT
* Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren Ujrahasznaljdk, akkor a tomitéseket

® Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren Ujrahasznaljak, akkor a hollandi

= A csovek csatlakozasai: csak hollandi anyas és forrasztott csatlakozdsokat lehet
hasznalni. A beltéri és a kiltéri egység hollandi anyas kotésekkel rendelkezik. A
végeket forrasztds nélkdl csatlakoztassa. Ha forrasztasra van szlikség, vegye
figyelembe a kiltéri egységre vonatkozé szerel8i referencia-Utmutatd utasitdsait.

Tovabbi kovetelményekért lasd még: "7.1.2 Az R32 egységekre vonatkozo specialis

kovetelmények" [» 29].

A csovek hosszaval, datmérdjével, csatlakozdsaival és szigetelésével kapcsolatos
informacidkat |asd: Szerelési kézikonyv — Kiltéri egység.

8.2 A h(it6kozegcsovek csatlakoztatasa

Tekintse meg a kialtéri egység szerelési
specifikdciokért és felszerelési utasitasokért.

8.2.1 A h(t6kozegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

kézikonyvét az dtmutatasokért,

MEGIJEGYZES
Gondoskodjon réla, hogy a tartaly elzérészelepei teljesen nyitva legyenek.

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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INFORMACIO

A zdrdszelepek a gyari allapotukban nyitva vannak, és a tartdly hitékore NINCS
feltoltve.

i @

1 Csatlakoztassa a kiltéri egység folyadékelzard-szelepének hiit6kozegesovét a
beltéri egység hlit6kozeg folyadékelzard-szelepéhez.

a Hlt6kozegfolyadék-elzard szelep
b HUt6kozeggaz-elzarod szelep

2 Csatlakoztassa a kultéri egység gazelzard szelepének hlit6kozegesovét a beltéri
egység hlit6kozeg gazelzarod szelepéhez.

8.3 Avizcsovek el6készitése

8.3.1 Avizkdrre vonatkozd kovetelmények

INFORMACIO

°
l Olvassa el az elSirdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
elGirasok" [» 9] fejezetben.

MEGJEGYZES
Mianyag csovek esetén gy6z6djon meg rola, hogy ellendlldak-e az oxigéndiffuzioval

szemben a DIN 4726 szabvanynak megfelel6en. Az oxigén a csévekbe jutdsa erds
korrézidhoz vezethet.

= Csovek csatlakoztatasa — Jogszabalyok. A csovek csatlakozasi pontjait a
vonatkozd jogszabalyoknak és a "Felszerelés" cim( fejezetben szerepl§
utasitasoknak megfelel6en, a viz be- és kivezetésének figyelembe vételével kell
kialakitani.

= Csovek csatlakoztatdsa — Erékifejtés. NE hasznaljon tulsdgosan nagy er6t a
csovek csatlakoztatasakor. A deformdlt csovek az egység hibas mikodését
okozhatjak.

= Csovek csatlakoztatasa - Szerszamok. A rézanyagu alkatrészekkel vald
munkahoz megfelel6 szerszamokat hasznaljon, mivel a réz lagy anyag.
Amennyiben NEM igy tesz, a csdvek megsérulnek.
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= Csovek csatlakoztatasa — Leveg6, nedvesség, szennyez6dés. Ha levegd,
nedvesség vagy szennyezddés jut a korbe, az problémat okozhat. Ennek
megel&zése érdekében:

- CSAK tiszta csoveket hasznaljon.
- Asorja eltavolitdsakor tartsa a csé végét lefelé.

- Zarja le a cs@véget a falon vald atbujtataskor, hogy ne keriljon bele por és/vagy
szemcsék.

- Haszndljon megfeleld szalas tomitGanyagot a csatlakozdsok lezarasara.

- Ha nem sargaréz fémcsoveket hasznal, akkor a galvanikus korrézié megel&zése
érdekében a két anyagot egymastol el kell szigetelni.

- Mivel a sdrgaréz egy lagy anyag, a vizkdr csatlakoztatdsdhoz megfeleld
szerszamokat kell hasznalni. A nem megfeleld szerszdmok haszndlata miatt a
csovek megsérilhetnek.

= Glikol. Biztonsagi okokbdl NEM engedélyezett glikolt tenni a vizkorbe.

= A csovek hossza. Ajanlott elkertini a zart végl csoveket, illetve hosszu csovek
hasznalatdt a hasznalatimelegviz-tartdly és a meleg viz célpontja (zuhany,
flrdGszoba stb.) kozott.

= Nem tartozék alkatrészek — Viz. Csak olyan anyagokat szabad hasznalni, amelyek
kompatibilisek a rendszerben hasznalt vizzel és a beltéri egységben hasznalt
anyagokkal.

= Nem tartozék alkatrészek — Viznyomas és -hGmérséklet. Ellenérizze, hogy a
helyszini csovek alkatrészeinek nyomadsallésaga megfeleljen a viznyomasnak és a
vizhémérsékletnek.

= Viznyomas — Hasznalati meleg viz. A maximalis viznyomas 7 bar (=0,7 MPa), és
0sszhangban kell lennie a vonatkozd jogszabdlyokkal. Biztositson megfelel§
védbeszkdzoket a vizkdrben, hogy a viznyomds NE haladhassa meg a maximalis
értéket (lasd: "8.4.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa" [» 44]). A mikodéshez
megengedett legkisebb viznyomas 1 bar (=0,1 MPa).

= Vizh6meérséklet. Minden beszerelt csévezetéknek és -tartozéknak (szelepek,
csatlakozasok...) ellen KELL alinia a kovetkezd hémérsékleteknek:

INFORMACIO

°
l A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

(]| £
= S i3
ol i
T |

(*) A tartozékok és a csévek maximalis hémérséklete

* Nem rézbevonatu fémcsovek. Nem rézbevonatu fémcsévek hasznalatakor
szigetelje megfelel6en a réz és a nem réz részeket, hogy azok NE érintkezzenek
egymassal. Ez a galvanikus korrdzid megel&zésére szolgal.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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= Hasznalatimelegviz-tartdly — Kapacitas. A viz dllasdnak elkertlése érdekében
fontos, hogy a hasznalatimelegviz-tartaly taroldsi kapacitdsa megfeleljen a
hasznalati meleg viz napi fogyasztdsanak.

= Hasznalatimelegviz-tartaly — A felszerelés utan. A felszerelés utdn rogton ki kell
Obliteni friss vizzel a haszndlatimelegviz-tartalyt. Ezt az eljarast legaldbb naponta
egyszer meg kell ismételni a felszerelést kovetd 5 egymads utani napon.

= Hasznalatimelegviz-tartaly — Hasznalaton kivili id6szakok. Amikor hosszabb
ideig nem hasznalnak meleg vizet, a berendezést friss vizzel KELL kidbliteni a
hasznalat el8tt.

= Termosztatos keverGszelepek. A vonatkozd jogszabdlyok értelmében
el6fordulhat, hogy termosztatos kever6szelepeket kell felszerelni.

= Higiéniai intézkedések. Az elhelyezésnek meg kell felelnie a vonatkozd
jogszabalyoknak, és el6fordulhat, hogy tovabbi higiéniai intézkedések lehetnek
szlikségesek.

= Hasznalatimelegviz-tartadly — FertGtlenités. A haszndlatimelegviz-tartaly
fert6tlenitési funkcidjaval kapcsolatban 1asd: "10.6.2 Tartaly" [» 71].

= Keringeté szivattyl. Ha a vonatkozd jogszabdlyok megkdvetelik, csatlakoztasson
keringetd szivattyut a meleg viz célpontja és a haszndlatimelegviz-tartaly
hidegviz-csatlakozasa kozé. A keringet§ szivattyld szamara biztositson kilon
tapellatast.

Hideg viz csatlakozasa
Meleg viz csatlakozésa
Zuhany

Keringetd szivattyu

Nem visszaereszt§ szelep

D Qn TO

8.4 Vizvezetékek csatlakoztatdsakor

8.4.1 Avizvezetékek csatlakoztatdsanak bemutatdsa

A vizvezetékek csatlakoztatasa el6tt

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a kiltéri és beltéri egységek fel vannak szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A vizvezetékek csatlakoztatadsa jellemz8en a kdvetkez§ 1épésekbdl all:
1 Avizvezetékek csatlakoztatasa a beltéri egységhez.

2 A hasznalatimelegviz-tartdly feltoltése.

3 Avizvezetékek szigetelése.

EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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8.4.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor

. INFORMACIO
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonségi elSirasok” [» 9]

= "8.3 Avizcsovek el6készitése" [r 41]

8.4.3 Avizvezetékek csatlakoztatasa

MEGJEGYZES
NE haszndljon tulsdgosan nagy erét a helyszini csovek csatlakoztatdsakor, és

gondoskodjon a csovek megfelel6 elrendezésérél. A deformalt vizvezetékek a
berendezés mikodési zavarat okozhatjak.

1 Csatlakoztassa a hasznalati meleg viz bemeneti és kimeneti csoveit a beltéri
egységhez.

a HMV -—meleg viz KIMENETE (csavarkotés, ")
b HMV - hideg viz BEMENETE (csavarkotés, ")

2 Szerelje fel a kovetkezd alkatrészeket (nem tartozékok) a HMV-tartdly
hidegviz-bemenetére:

a_ __b/
. Z*f
d

v <=
B Yl[fwi
]

h

HMV — meleg viz KIMENETE (csavarkotés, 4")

HMV — hideg viz BEMENETE (csavarkotés, %5")

Elzardszelep (javasolt)

Nem visszaeresztG6 szelep (javasolt)

Nyomascsokkent§ szelep (javasolt)

Nyomascsokkent6 szelep (max. 7 bar (=0,7 MPa))(kotelez6)
Tolcsér (kotelezd)

Tagulasi tartaly (ajanlott)

FIGYELEM
NE szereljen szelepeket a hasznalatimelegviz-tartdly modul és a nyomascsokkentd

szelep kozé.

* %
0HQ -~ Q0 T O
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MEGJEGYZES
A vonatkozd torvényeknek megfeleléen egy legfeljebb 7 bar (=0,7 MPa) nyitdsi

nyomasu (kilon kaphatd) nyomascsokkent6 szelepet kell csatlakoztatni a hasznalati
hideg viz bemenetének csatlakozéjahoz.

MEGJEGYZES
Hosszabb tavollétek alatt ajanlott a hasznalati hideg viz bemenet elzarészelepének

elzérdsa, hogy ne kdrosodjon a kdrnyezet vizszivargds esetén.

8.4.4 A keringet8csovek csatlakoztatasa

Ha a rendszerben keringetés szlikséges, a tartdlyba visszatéré viznek a hidegviz-
bemenetbdl kell szarmaznia.

Ellenérzészelepet kell felszerelni annak érdekében, hogy ne térhessen vissza viz az
ellatasi rendszerbe

8.4.5 A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése

1

i A W N

Nyissa ki valtakozva az egyes melegviz-csapokat, hogy kiengedje a levegét a
csérendszerbdl.

Nyissa ki a hidegviz-ellatdszelepet.
Miutan kiengedte a levegét, zarja el az 6sszes vizcsapot.
Keressen vizszivargasokat.

Manudlisan m(ikodtesse a helyszinen felszerelt nyomdascsokkentd szelepet,
hogy a viz szabadon kifolyhasson az elvezet8 csévon.

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly
4P680077-1C — 2025.09

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
45



9 | Elektromos bekotések

9 Elektromos bekotések

Ebben a fejezetben

9.1

9.2

Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsanak DEMULATASA ......c.cvoviiiiiiiii e
9.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi el&irdsok

9.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozd iranyelvek

9.1.3 A szabvényos elektromos alkatrészek paraméterei

9.1.4 Informaciok az elektromos megfelelésrél

A beltéri egység csatlakozasai

9.2.1 A tdpellatas csatlakoztatdsa

9.2.2 A segédflitéelem tapellatasanak csatlakoztatasa
9.2.3 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék)

9.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatasa

9.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi eldirdsok

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.
® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes dsszetevének és sszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi

i @

elGirasok" [» 9] fejezetben.

FIGYELEM
* Ha a tapelldtasban hianyzd vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhet, hogy a

berendezés nem fog mikddni.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. A hianyos
vagy helytelen foldelés aramitést okozhat.

= Szerelje be a szlkséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles feluletekkel vagy a csovekkel, kilondsen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznéljon mUanyag ragasztdszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokdbeleket vagy csillag rendszerbdl szérmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramitést vagy tizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort, mivel az egységben inverter taldlhato.
A fazissiettet§ kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

SzerelGi referencia-Utmutato
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VIGYAZAT
NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziiltségl kabelek kozott legalabb 50 mm tavolsagnak kell
maradnia.

9.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo iranyelvek

MEGJEGYZES

Tomor (egymagos) vezeték haszndlata javasolt. Sodrott vezeték hasznélata esetén
finoman csavarja 0ssze a vezeték szalait, vagy csavarja O0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozoésarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez
1. médszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrél (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

-
<

2. mddszer: Karika alaku csatlakozé hasznalata (ajanlott)

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrdl, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a
megfeleld eszkozzel.

/AN

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 maodszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés mddja
Egyeres vezeték TT
= AA’
vagy tA__ @ |_At s
"Tomorre" csavart vegl —@—
sodort vezeték . a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Vezeték tipusa

A felszerelés médja

Sodort vezeték kerek
csatlakozodsaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

a bc

X NEM engedélyezett

Meghuzonyomatékok
Beltéri egység:
Elem Meghuzényomaték (Nem)
X2M 2,45 £10%
X5M 0,88 £10%
X8M 2,45 £10%
M4 (foldelés) 1,47 +10%
9.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei
Alkatrész
Osszekotékabel Fesziiltség 220~240V
(beltér<>killter) Vezetékméret Csak dupla szigetelést biztosito, az

alkalmazott feszultségnek
megfelel§, harmonizalt vezetéket
hasznaljon

4 maggal rendelkez§ kabel

Minimum 1,5 mm?

A segédflitéelem
tapellatasa

Feszlltség

220~240V

Vezetékméret

Csak dupla szigetelést biztositd, az
alkalmazott feszUltségnek
megfelel§, harmonizalt vezetéket
hasznaljon

3 maggal rendelkez6 kabel

Minimum 1,5 mm?

Ajanlott kilsé
biztositék

10 A, Cgorbe

Foldzarlatvédelmi
aramkor-
megszakitd/aram-
véd&kapcsolds
készilék

30 mA — Meg KELL felelnie az
adott orszagra jellemzd huzalozasi
szabalyoknak

SzerelGi referencia-Utmutato
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9.1.4 Informaciok az elektromos megfelelésrél

Csak a beltéri egység segédfiitéeleme esetén

Lasd: "9.2.2 A segédflit6elem tdpellatasanak csatlakoztatasa" [» 50].

9.2 A beltéri egység csatlakozasai

Elem Leiras

Tapellatas (f6) Lasd: "9.2.1 A tapellatas csatlakoztatdsa" [» 49].

Tapellatas (segédfiitéelem) |Lasd: "9.2.2 A segédfiitGelem tapfesziltségének
csatlakoztatasa" [» 50].

WLAN-kazetta Lasd: "9.2.3 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa
(mellékelt tartozék)" [» 51]

9.2.1 A tdpellatads csatlakoztatdsa

1 Nyissa fel a kdvetkez6t (1asd: "7.2.2 A beltéri egység felnyitasa" [» 36]):

2 Csatlakoztassa a tapellatast.

OsszekotSkabel (= f6 | Vezetékek: (3+GND)x1,5 mm?

tapellatas)

Oo0oO

N

B
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®
O =
O

9.2.2 Asegédflitéelem tapellatasanak csatlakoztatdsa

Segédfiitelem kabele |Vezetékek: (2+GND)x1,5 mm?

E [9.4]SegédfiitGelem

FIGYELEM

A segédflitéelemnek rendelkeznie KELL kulon tapellatassal, és a vonatkozd

jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelel6en foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a segédflitéelem tapellatasat és a foldkabelt.

Csatlakoztassa a segédflitSelem tapellatasat az aldbbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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B
- ®
- @@
[ °
C |
D
D

a | A segédflitéelem tapkabele

b | Helyszini huzalozas

9.2.3 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék)

[l (D) Vezeték nélkili atjars

1 Helyezze be a WLAN-kazettdt a beltéri egység felhasznaldi fellletén taldlhatd
nyilasba.

EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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10 Konfiguralas

Ebben a fejezetben

10.1 Attekintés:

101 ALEKINTES: KONFIGUIAIAS .......voeeeeeeceeeee ettt 52
10.1.1  Aleggyakrabban hasznalt parancsok elérése 53
10.1.2 A PC-kdbel csatlakoztatasa a kapcsolédobozhoz . 55
10.2  Konfigurélas vardzslo 56
10.3  Lehetséges képernydk 56
10.3.1  Lehetséges képernydk: Attekintés. 56
10.3.2  Kezd&képernyd 57
10.3.3  Fémenl képernydje 58
10.3.4  Meni képernys 59
10.3.5  Célhémérséklet képernydije... 59
10.3.6  Ertékeket megjelenitd részletképernyd 60
10.4  El6re bedllitott értékek és programok 61
10.4.1  Azel6re beallitott értékek haszndlata 61
10.4.2  Programok beallitasa és hasznalata.. 62
10.4.3  Programozas képernyé: Példa 64
10.5  |d6jarasfuggd gorbe 67
10.5.1  Miaz azidgjarasfiiggs gorbe? 67
10.5.2 2 pontos gorbe 68
10.5.3  Gorbeeltoldsos gorbe 68
10.5.4  |dGjarasfuggd gorbék hasznalata... 69
10.6  Beadllitdsok menu 71
10.6.1  Meghibdsodas 71
10.6.2  Tartaly..... 71
10.6.3  Felhasznaldi beallitasok 80
10.6.4  Informacié 83
10.6.5  Szerel6i beallitasok 85
10.6.6  Belizemelés 91
10.6.7  Felhasznadloi profil 91
10.6.8  Uzemeltetés 91
10.6.9 92
10.7 95
10.8 96

Konfiguralas

Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer felszerelés utani
konfiguralasahoz.

Miért

Ha NEM dllitja be megfelel6en a rendszert, elképzelhetd, hogy NEM a vart mdédon
fog makodni. A konfiguralas a kovetkez6ket befolyasolja:

= A szoftver szamitasait

= Afelhaszndldi fellleten lathaté és végrehajthatd elemeket

Hogyan

A rendszert a felhasznaldi feltleten keresztil allithatja be.

= Els6 alkalom — Konfiguralas varazslé. Amikor elGszor kapcsolja BE a felhasznaléi
fellletet (az egységen keresztiil), egy konfigurdlds varazsld segit bedllitani a
rendszert.

= Inditsa ajra a konfigurdlas varazslét. Miutdn a rendszer be lett allitva, barmikor
Ujraindithatja a konfiguralas varazslét. A konfiguralas vardzsld Ujrainditdsahoz
lépjen a Szerel6i beadllitasok > Bedllitas varazslé menlpontra. Az
Szerel6i beallitasok eléréséhez lasd: "10.1.1 A leggyakrabban hasznalt
parancsok elérése" [» 53].

SzerelGi referencia-Utmutato
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= A késGbbiekben. Ha szlkséges, a konfiguraldst a menuszerkezetben vagy a
bedllitasok attekintésében maddosithatja.

INFORMACIO

[ ]

l Miutan a konfigurdlas vardzsld lefutott, a felhaszndloi fellleten egy attekintd
képernyé jelenik meg, amelyen a rendszer kéri a bedllitasok megerdsitését. A
megerssitést kdvetden a rendszer Ujraindul, és a kezd6képerny6 jelenik meg.

A beallitasok elérése — Jeldlések a tablazatokban

A szereli bedllitasokat két kulonb6zé maodszerrel érheti el. NEM minden bedllitas
érhet6 el azonban mindkét mddszerrel. Ebben az esetben az ebben a fejezetben
taldlhaté tdblazatok megfeleld oszlopdban az N/A (nem alkalmazhatd) jelolés
szerepel.

Mddszer A tablazatok oszlopa
A beadllitasok elérése a kezdémenii képernydjén vagy #
a meniiszerkezeten belili navigdcids Utvonalon Példaul: [5.5]

keresztll. A navigacios elemek engedélyezéséhez
nyomja meg a ? gombot a kezdéképernyén.

A bedllitasok elérése a helyszini beallitasok Kéd
attekintésében taldlhato kodon keresztdl. Példaul: [6-0D]
Lasd még:

= "Hozzaférés a szerelGi bedllitasokhoz" [» 54]
= "10.8 Menlszerkezet: SzerelGi beallitasok attekintése" [» 96]

10.1.1 Aleggyakrabban hasznalt parancsok elérése

A felhasznal6i jogosultsagi szint médositasa

A felhaszndldi jogosultsagi szintet a kbvetkezEképp mddosithatja:

1 |Lépjena[B] pontra: Felhasznaldéi profil. Q-0

B

8 Felhasznaléi profi

2 | Adja meg a felhasznaldi jogosultsagi szintnek megfelel§ PIN- —
kdédot.

= Bongéssze végig a szamjegyek listdjat, és moddositsa a O---@Qu
kivalasztott szamjegyet.

= A szdmjegy megerdsitésével Iépjen a kovetkez6 szamjegyre. O Q.
vagy @O

= VAGY, mozgassa a kurzort balrdl jobbra. {@:-:0

= Erésitse meg a PIN-kddot, és épjen tovabb. Qs:-O

Szerel6 PIN-kédja

A Szereld PIN-kédja 5678. A rendszer Ujabb mentelemekkel és szerel8i
beallitasokkal béviilt.

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly
4P680077-1C — 2025.09

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
53



10 | Konfiguralas

Szereld

5678

A haladé felhaszndlé PIN-kédja

A Haladé felhasznald PIN-kddja 1234. Most mar lathatéva valtak a tovabbi
menipontok.

Haladé felhasznalé

1234

A felhasznalé PIN-kédja
A Felhasznalo PIN-kodja 0000.

Felhasznalo

0000

Hozzaférés a szerelGi beallitasokhoz

1 Allitsa a felhasznaléi jogosultsagi szintet Szereld értékre.

2 Lépjena[9] pontra: Szereldi beallitasok.

Beallitas attekintésének modositasa
Példa: Modositsa a [2-02] elemet 23-rdl 3-ra.

A legtobb beadllitds a meniszerkezetbdl konfiguralhatd. Ha barmilyen okbdl
modositani szikséges valamely bedllitdst a bedllitdsok attekinté fellletén, az a
kovetkez6képp érhetd el:

1 |Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. —
Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [» 53].

2 |Lépjena[9.l] pontra: Szerel6i bedllitasok >Helyszini QO
beallitdsok attekintése.

3 | A bal oldali teker8kapcsolo forgatdsaval vélassza ki a bedllitas e
elsd részét, majd a tekerékapcsold benyomasaval erésitse meg.
0
1
2
3
4 | A bal oldali tekerékapcsold forgatdsdval vdlassza ki a beallitas @0
masodik részét
00 05 0A
01 06 0B
2 02 23 |07 oc
03 08 oD
04 09 OE
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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5 |Ajobb oldali teker6kapcsold forgatasaval allitsa az értéket 23- 0@
rol 3-ra.
00 05 0A
01 06 0B
2 023 |o7 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 | A bal oldali tekerékapcsold benyomasaval erésitse meg az Uj Q-0
beallitast.
7 |Nyomja meg a kdzéps6 gombot a kezd6képernybre vald "
visszatéréshez.

INFORMACIO
Miutan moddositotta a bedllitdsokat az attekinté fellleten, és visszalép a

kezd6képernyére, a felhasznaldi fellleten egy felugro képernyé jelenik meg, amely a
rendszer Ujrainditasat kéri.

A megerdsitést kovetéen a rendszer Gjraindul, és a legutdbbi modositasok életbe
|épnek.

10.1.2 A PC-kabel csatlakoztatasa a kapcsolddobozhoz

A PC-t és a hydro PCB-t csatlakoztatnia kell egymashoz, ha frissiteni szeretné a
hidromodul szoftverét és EEPROM-jat.

El6feltétel: A(z) EKPCCAB4 készlet szlikséges.
1 Csatlakoztassa a kabel USB-csatlakozdjat a szamitégéphez.

2 Csatlakoztassa a kabel csatlakozdéjat a beltéri egység kapcsolédobozanak X10A
elemén taldlhatd A1P bemenetre.

@ @ -
ge Ll G GG » O - ®
X250 X20A  X2A  Xi6A

E (]|
000000 [Jan
xu[]

o
O 1P

[ow X[

de :11;1;1% E'%DDDD%:}':]:}E]QE];
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10.2 Konfiguralas varazslo

A rendszer elsé BEKAPCSOLASAT kovetSen a felhasznaldi felileten elindul egy
konfiguralas vardzsld. Ezzel a varazsldval megadhatok a legfontosabb kezdeti
bedllitdsok az egység megfelel6 mikodéséhez. Sziikség esetén a késSbbiekben
tovabbi bedllitdsok is konfigurdlhatdk. Ezeket a beallitdsokat a meniszerkezetben
lehet modositani.

Itt taldlja a konfiguracid bedllitdsainak rovid attekintését. Minden beadllitas
modosithaté a beallitdsok meniben is (hasznalja a navigacids elemeket).

A beillitéshoz... | Lasd...

Nyelv [7.1]
Id6/datum[7.2]

Ora _

Perc

Ev

Hénap

Nap

Rendszer

Beltéri egység tipusa (csak "10.6.5 Szerel&i beallitdsok" [» 85]
olvashatd)

Haszndalati meleg viz (nem
allithato be)

Vésziizem [9.5.1]

Segédfiitéelem teljesitménye "10.6.5 SzerelGi beallitasok" [» 85]
[9.4.1]

Tartaly
Felfiités mod [5.6] "10.6.2 Tartaly" [» 71]

Kényelmi célhémérséklet [5.2]

Gazdasagos célhomérséklet [5.3]

Ujramelegités célhémérséklet
[5.4]

Hiszterézis [5.9] és [5.A]

Uzemmdd [5.G]

10.3 Lehetséges képernydk

10.3.1 Lehetséges képernydk: Attekintés
A kovetkez6 képernySkkel taldlkozhat a leggyakrabban:

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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¢ Qw0 OR 10---0O

Q-0

c3 c4

Kezd&képernyd

Fémenu képernydje

c Alképernydk:

cl: Célhémérséklet képernyd

c2: Ertékeket megjelenits részletképernyd

c3: Az idGjarasfuggd gorbét tartalmazo képernyd
c4: A programot megjelenité képernyd

o

10.3.2 Kezddéképernyd

Nyomja meg a A gombot a kezd6képernyére vald visszatéréshez. Itt egy attekintést
lathat az egység konfigurdlasardl, valamint a szoba- és a célhémérsékletet. A
kezd6képerny6n csak a konfiguraldsra vonatkozé szimbdlumok jelennek meg.

22:19

h——— )\ ‘/ ‘\‘ 26Feb2019 _|

g 10
f
Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n
oe! Léptetés a fémend listajaban.
Q-0 Ugras a fémen képernydjére.
? Navigacios elemek engedélyezése/letiltdsa.
EKHWET90+1208B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
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Elem

‘ Leiras

a |Hasznalati meleg viz

alé)

Hasznalati meleg viz

a2 @

A mért tartalyhmérséklet®

b |Fertétlenités / Erételjes

&3 A fertStlenitési izemmod aktiv
~ Az er6teljes Gzemmod aktiv

c |Vésziizem

o

A hészivattyu hibaja esetén a rendszer Vésziizem
Gzemmodban madkadik.

d | Aktualis datum és idé

e |Kiiltéri/csendes iizemmaéd

el | (8) |Amértkiltéri hmérséklet®
e2 @ | Acsendes izemmad aktiv
e3 ®=] | Kiltéri egység

f |Beltéri egység/hasznalatimelegviz-tartaly

f Hasznalatimelegviz-tartaly

g |Sziinnap Gizemmoéd

inl A szlinnap Uzemmad aktiv
h |Hiba
JAN Meghibasodas [épett fel.
/N Tovabbi informacidk: "14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibds

mUkodés esetén" [» 107].

@ Ha a megfeleld izemmadd nem aktiv, akkor a kor sziirke.

10.3.3 F6menu képernydje

Amikor a kezd6képernyén van, nyomja be (@:--O) vagy forditsa el (t0:-:0) a bal
oldali tekerSkapcsoldt a fémeni képerny6jének megnyitdsdhoz. A fémenlbdl
elérheti a kilonb6z6 célhémérséklet képernybket és almentiket.

2
& Felhasznaldi profil
d) Uzemeltetés

rJ- Tartaly

@ Informécié

—a
o Felhasznaloi beallitasok /

\

a Kivalasztott almen

Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n

@0

Léptetés a listaban.

(e}

Belépés az almenibe.

Navigacids elemek engedélyezése/letiltdsa.

SzerelGi referencia-Utmutato

58

PDAIKIN EKHWET90+120B

R32 Split sorozat — Hasznalatimelegviz-tartély
4P680077-1C — 2025.09




10 | Konfiguralas

Almenii Leirds
(0] |2 vagy /N Meghibasodas |Korlatozas: Csak meghibasodas esetén jelenik
meg.
Tovabbi informaciok: "14.4.1 Stgdszoveg
megjelenitése hibds mikodés esetén" [» 107].
(5] |[#Ta rtaly A hasznalatimelegviz-tartaly h6mérsékletének
bedllitasa.
[7] OFelhasznaléi Hozzaférést biztosit a felhasznaloi
beallitdsok beallitdsokhoz, példaul a sziinnap
Uzemmodhoz és a csendes izemmodhoz.
(8] |® Informacid Adatokat és informdacidkat jelenit meg a beltéri
egységrél.
(9] X szerel6i Korlatozas: Csak a szerel6nek.
beallitasok Hozzaférést biztosit a specialis beallitdsokhoz.
[A] B Beiizemelés Korlatozas: Csak a szerelének.
Tesztek és karbantartas végrehajtasa.
(B] |& Felhasznaldi Az aktiv felhasznaldéi profil megvaltoztatdsa.
profil
[C] O Uzemeltetés A flités/h(tés funkcid és a hasznélati meleg viz
el6készitésének be- vagy kikapcsolasa.
[D] | % Vezeték nélkiili Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a
atjard vezeték nélkili LAN (WLAN) be lett szerelve.
A ONECTA alkalmazas konfiguraldsakor
szlkséges beallitdsokat tartalmazza.
Tovabbi informacidkat a felhasznaloi
referencia-Utmutatdban taldl.

10.3.4 MenU képerny§

Példa:
71
] O Nyelv
Id6/datum
Szabadsag
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
©---0 Léptetés a listaban.
QO Belépés az almenibe/bedllitasba.

10.3.5 Célh6mérséklet képernydje

A célhémérséklet

képerny6je

az olyan rendszerdsszetev6ket bemutatod

képernyskon jelenik meg, amelyeknél sziikség van a célhémérsékletre.

EKHWET90+1208B
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Példa

[5] A tartalyhé&meérséklet képernydije
5

+
(i
50 |_
Tartaly
Magyarazat
d
a2 b2
e d d
a1 e b1\~
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
---0 Léptetés az almend listajaban.
QO Ugrds az almendre.
OO} A kivant hémérséklet mddositasa és automatikus alkalmazasa.
Elem Leiras
Minimalis h6mérséklet al |Azegység allitja be
a2 |Aszerel§ korlatozza
Maximalis hémérséklet bl | Az egység dllitja be
b2 |Aszerel6 korlatozza
Aktudlis hémérséklet ¢ |Az egység méri
Kivant hémérséklet d |Anoveléséhez/csokkentéséhez
forditsa el a jobb oldali
teker6kapcsolot (a Csak
Ujramelegités Gzemmad
esetén).
Almen e |Azalmenure valé ugrashoz
forditsa el vagy nyomja be a bal
oldali teker6kapcsolot.

10.3.6 Ertékeket megjelenits részletképernyd

Példa:
7.21 1d6/datum
! | Ora 1
Perc 30
i s

a Beallitasok
b Ertékek
c Kijelolt bedllitds és érték

Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n

©---0 Léptetés a bedllitasok listdjaban.
SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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104 E

6re bed

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
0@ Az érték modositasa.
O Q. A kovetkez6 bedllitdsra valo 1épés.
Q0O A valtoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

itott értékek és programok

10.4.1 Az elbre bedllitott értékek hasznalata

Az el6re bedllitott értékek bemutatasa

A rendszer bizonyos beallitdsaihoz meghatarozhat elére bedllitott értékeket. Ezeket
az értékeket csak egyszer kell bedllitania, majd Ujbdl felhasznalhatja az értékeket
mas képerny6kon, példaul a programozasi képernyén. Ha kés6bb mddositand az
értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges el6re beallitott értékek
Az alabbi felhasznald altal el6re megadott értékeket lehet bedllitani:
El6re beallitott érték

Hol hasznalatos

Tartaly [5.2] Kényelmi Ezek az el6re bedllitott értékek

célhémeérséklete,
Uzemmdd, Gyors
méd id6zit6je

célhomérséklet

[5.3] Gazdasagos

haszndlhatok az [5.5] Program
képernyén (HMV-tartaly heti
programjanak képernydje), ha a HMV-

célhémérséklet o L ) p
tartdly Gzemmaddja a kdvetkez8k
valamelyike:
= Csak program
= Program + Ujramelegités

[5.4] A szoftver ezzel az el6re bedllitott

Ujramelegités |értékkel ellenérzi, hogy a HMV-tartaly

célhomérséklet |lzemmaddja a kdvetkezé-e:

Program + Ujramelegités

[5.G] Uzemmod A segédfiit6elem engedélyezése
szempontjabol kétféle HMV-re

vonatkozo muvelet kozul vélaszthat:
= Hatékony
= Gyors

Csak akkor alkalmazhatd, ha a
kivalasztott Uzemmdd a "Gyors".
Harom el6re bedllitott id6zitd kozul
valaszthat:

= Turbo (10 perc)
= Normdlis (20 perc)
= Gazdasagos (30 perc)

[5.H] Gyors moéd
id6zit6je

A felhaszndlé altal el6re megadott értékeken kivil a rendszer gyarilag el6re
bedllitott értékeket is tartalmaz, amelyek felhaszndlhaték a programok
létrehozasahoz.

Példa: A [7.4.2] Felhasznadloi beallitasok > Csendes > Program
képernyén (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes

EKHWET90+1208B
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Uzemmodot kell hasznalnia) a kovetkez§ gyarilag el6re bedllitott értékek
hasznalhatok: Csendes/Csendesebb/Legcsendesebb.

10.4.2 Programok beallitasa és hasznalata

A programok bemutatdsa

A rendszer elrendezésétdl és a szerel6i konfiguralastél figgden tobb vezérl6hoz is
rendelkezésre allhatnak programok.

Miivelet... Lasd...
Allitsa be, ha egy adott vezérlének program "Aktivalasi képernyd" itt:
szerint kell mUkodnie. "Lehetséges programok" [» 62]

Kivalaszthatja az adott vezérlé esetében aktudlisan hasznalni kivant programot. A
rendszer tartalmaz néhany el6re beallitott programot. Elvégezhet§ m(iveletek:

Az aktudlisan kivalasztott program "Program/Vezérlg" itt:
megtekintése. "Lehetséges programok” [» 62]
Sajat program beallitdsa, ha nem elégedett | = "Lehetséges miliveletek" itt:
az el6re bedllitott programokkal. A "Lehetséges programok" [» 62]
programozhato miveletek vezérlénként

! = "10.4.3 Programozas képernyé:
eltérnek. Példa" [ 64]

Lehetséges programok

A tablazat a kovetkezd informécidkat tartalmazza:

= Program/VezérlS: Ebben az oszlopban lathato, hol lehet megtekinteni az adott
vezérld esetében aktudlisan kivdlasztott programot. Sziikség esetén elvégezhetd
mdiveletek:

- Sajat program beallitasa. Lasd: "10.4.3 Programozas képernyd: Példa" [» 64].

= El6re bedllitott programok: (ha vannak) Az adott vezérl§ esetében a
rendszerben elérhetd el6re bedllitott program. Szlikség esetén sajat programot is
beallithat.

= Aktivalasi képernyd: A vezérlGk tobbsége esetében az adott program csak akkor
[ép életbe, ha aktivdlva van a megfelel§ aktivalasi képernyén. Ebben a
bejegyzésben lathatd, hogy az aktivalas hol végezhet6 el.

= Lehetséges miiveletek: A programok beallitdsdhoz hasznalhatd miveletek.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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Program/Vezérl6 Leiras
[5.5] Tartaly > Program El6re beallitott programok: Nem alkalmazhato
A hasznalatimelegviz-tartaly Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté. Ez a
hémérsékletének program automatikusan aktivalédik, ha a HMV-
programozasa a normal Uzemmod a kdvetkez6k valamelyike:

hasznalatimelegviz-igényeknek |. csak program

megfelelSen. . et
& = Program + Ujramelegités

Lehetséges miiveletek:
= Kényelmi: Mikor kezd&djon meg a tartaly
felf(tése a kovetkezé felhasznald altal el6re

megadott értékre: [5.2] Kényelmi
célhdmérséklet.

= Gazdasagos: Mikor kezd6djon meg a tartdly
felflitése a kovetkezd felhaszndlé altal el6re
megadott  értékre:  [5.3] Gazdasagos
célhémérséklet.

= Leallitds: Mikor fejezddjon be a tartaly
felfltése, még akkor is, ha a kivant
tartdlyhémérséklet még nem lett elérve.

Megjegyzés: Program + Ujramelegités
dzemmodban a rendszer a kovetkez6
felhasznald altal el6re megadott értéket is
figyelembe veszi: [5.4] Ujramelegités
célhomérséklet.

[5.F] Tartaly > E1ls6bbségi |ElGre beallitott programok: Hasznalati
program meleg viz els6bbséget élvez minden

A kiiltéri egység programja az hénapban

els6bbség meghatarozdsdraa | Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhato. Ez a

hasznalatimelegviz-tartaly program csak akkor hasznalhatd, amikor tobb

mUkodtetése és a beltéri egység (példaul 1 tartaly + 1

légkondicionalads kozott légkondicionald egység) is kapcsolodik a kiltéri
egységhez.

Lehetséges miiveletek:

= HMV: Ha egyszerre tobb beltéri egységtdl is
kérés érkezik, a kultéri egység a haszndlati
melegviz el6allitdsat részesiti elényben.

= Légkondicionalds: Ha egyszerre tobb
beltéri egységtdl is kérés érkezik, a kultéri
egység a légkondiciondlasi (h(tési/fltési)
Uzemmodot részesiti elényben.
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Program/Vezérl6 Leiras
[7.4.2] Felhasznaloi El6re beallitott program: Nem alkalmazhato
beallitdsok > Csendes >

Aktivalasi képernyé: [7.4.1] Uzemmdd (csak
Program szerelSk szamara érhetd el).
Annak programozasa, hogy az
egységnek mikor és melyik
csendes Gzemmaodot kell
hasznalnia.

Lehetséges miiveletek: A kdvetkez§ gydrilag
elére beadllitott értékek hasznalhatok:

= Ki

= Csendes

= Csendesebb

= Legcsendesebb

Lasd: "A csendes Gzemmod
bemutatasa" [» 81].

10.4.3 Programozas képernyd: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet bedllitani a tartaly ftési programjat.

A program beallitdsanak attekintése

Példa: A kovetkezd programot szeretné létrehozni:

Egyéni program
O

Ke [ — — ]
Sze [ — — ]
Csl [ — — ]
Pé [ — — ]
Szo [ — ]
Vas [ — ]

1 Lépjenaprogramra.

2 (opciondlis) Torodlje ki a teljes hét vagy a kivalasztott nap programjanak
tartalmat.

Allitsa be a Hét 6 programot.
Mdsolja a programot a tébbi hétkdznapra.

Allitsa be a Szombat programot, és masolja 4t Vasarnap szamdra is.

Ugras a programra

1 |Lépjenaz [5.5] ponthoz: Tartaly > Program. Q00

A heti program tartalmanak torlése

1 |Vaélassza ki az aktudlis program nevét. @O

Egyéni program
[m

Ke o — ]
Sze e — ]|
Csii e — ]|
Pé e — ]|
Szo e — ]|
Vas e — ]|

2 |Vdlassza kia Torlés lehetdséget. QO
f Tores
3 | Valassza az OK gombot a meger@sitéshez. @:-O
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A napi program tartalmanak torlése

1 |Valassza ki a napot, amelynek a tartalmat tordlIni szeretné. Qe+ O
Példaul: Péntek

Egyéni program
[ul

Heé
Ke O s s
Sze O s s
Csli O S s
Pé O S s
Szo e
Vas e

2 | Valassza kia Torlés lehet6séget. @O
W Tories
[% Szerkesztés
Masolas

3 | Valassza az OK gombot a megerd@sitéshez. Qe+ O

A Hétf6 program beallitasa

1 |Vaélassza ki a Hétf06 lehetbséget. QO

Egyéni program
5|

Sze o—————————— 1
Csi o—————————— 1
Pé o—————————— 1
Szo o—————————— 1
Vas o—————————— 1

2 |Valassza kia Szerkesztés lehet6séget. @0
f Tores
@ Szerkesztés
Mésolas
3 | A bal oldali tekerékapcsold segitségével valasszon ki egy -0
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali 0@l
tekerékapcsoldéval. Minden napra legfeljebb 4 mdveletet
programozhat be.
om0 Hé
0 12 24
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort
Megjegyzés: Egy mUvelet torléséhez az idejét az el6z6 mUvelet
idejeként allitsa be.
4 |ErGsitse meg a valtoztatdsokat. QO
Eredmény: A hétf6i program be van allitva. Az utolsé mivelet
értéke a kovetkez6 beprogramozott miveletig érvényes. Ebben
a példdban a hétf6 az elsé beprogramozott nap. Ezért az utolsé
beprogramozott mdvelet a kdvetkezé hétfé elsé miveletéig
érvényes.
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A program masolasa a tébbi hétkoznapra

1 |Valassza ki a Hétf06 lehetbséget. QO
Egyéni program
Heé [ — — ]
Ke e — ]

Sze e — ]}
Csl e — ]}

Szo e — ]|
Vas e — ]|

2 |Valassza kiaMasolas lehetGséget. @O
W Toriss
@ Szerkesztés
Masolas

Eredmény: A masolt nap mellett megjelenik a "C" jel.

3 | Valassza ki a Kedd lehet6séget. QO
Egyéni program
Hé (] OocC
Ke o0

Sze e — ]|
Csl e — ]|
Pé e — ]|
Szo e — ]|
Vas e — ]|

4 |Vidlassza kiaBeillesztés lehetdséget. QO

f Tores
@ Szerkesztés

Masolas

E) Beillesztés

Eredmény:

Egyéni program
0O

Sze e — ]|
Csii e — ]|
Pé e — ]|
Szo e — ]|
Vas ]

5 |Ismételje meg ezt a mUiveletet a tobbi hétkdznapnal. —

Egyéni program
Heé [al oC
Ke ] s e s
Sze ] — — 5]
Csii ] — — 5]
Pé ] — — ]
Szo B —
Vas B —

A Szombat program beallitasa és atmasolasa Vasarnap szamara

1 |Vaélassza ki a Szombat lehetdséget. QO
2 |Vdlassza kia Szerkesztés lehetbséget. QO
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3 | A bal oldali tekerékapcsold segitségével valasszon ki egy -0
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali 0@l
tekerékapcsoldval.

o0 Hé
0 12 24

08:00 Comfort

23:00 Eco

4 | ErGsitse meg a valtoztatasokat. QO

5 |Valassza ki a Szombat lehetdséget. QO

6 |Valassza ki aMasolas lehetéséget. @O

7 |Vdlassza ki a Vasarnap lehet6séget. QO

8 |Valassza kiaBeillesztés lehet6séget. QO
Eredmény:

Egyéni program
[u|

Ke O
Sze O
Csl O s s
Pé O s s
Szo [ ————a e
Vas [ ]

10.5 Id&jarasfiiggd gorbe

10.5.1 Mi az az id6jarasfiggd gorbe?

IdGjarasfiiggé miikodés

Az egység id6jarasfiggden mikodik, ha a rendszer automatikusan meghatarozza a
tartaly kivant hémérsékletét a kiultéri hémérséklet alapjan. Ha a kilsé hémérséklet
csokken vagy né, az egység azonnal kompenzal, gy nem kell a felhasznald
visszajelzésére varnia a tartdly célh6mérsékletének noveléséhez vagy
csokkentéséhez. Mivel gyorsabban reagal, meggatolja viz h6mérsékletének nagy
ingadozasait a ledgazdpontokon.

Elényo6k

Az idGjarasfliggs mikodés csdokkenti az aramfogyasztast.

IdGjarasfiiggd gorbe

A hémérséklet-kilonbségek kompenzaldsa érdekében az egység az idGjarasfliggd
gorbére tamaszkodik. Ez a gérbe hatdrozza meg, hogy hany fokosnak kell lennie a
tartaly célhémérsékletének kulonboz6 kiultéri hémérsékletek esetén. Mivel a gorbe
lejtése a helyi koridlményektdl fugg, példaul a jellemzé id6jarasi viszonyoktdl és a
haz szigetelésétdl, a gorbét egy szereld allithatja be.

Az idGjarasfiiggo gorbék tipusai

Az id6jarasfliggs gorbéknek 2 tipusa van:

= 2 pontos gorbe

= GoOrbeeltoldsos gorbe

Ontél figg, hogy melyiket szeretné hasznalni a hémérséklet modositdsdhoz. Lasd:
"10.5.4 |dGjarasfliggs gorbék hasznalata" [» 69].
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Elérhet6ség

Az idGjarasfliggs gorbe a kovetkezEkhoz érhetd el:
= Tartdly (csak szerel6k szamara érhetd el)

INFORMACIO

°
l Az idGjarasfiggd muikodtetéshez megfeleléen kell konfigurdlni a tartaly
célhémérsékletét. Lasd: "10.5.4 |d6jarasfiggd gorbék hasznalata" [» 69].

10.5.2 2 pontos gorbe
Ezzel a két célhémérséklettel tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:
= Célhémérséklet (X1, Y2)
= Célhémérséklet (X2, Y1)

Példa
Y2
Y1
X1 X2 0
Elem Leiras

X1, X2 Példak a kiltéri kornyezeti h6mérsékletre

Y1, Y2 Példdk a kivant tartalyhémérsékletre. Az ikon az adott zéna
hékibocsatojanak felel meg:

. D: Hasznalatimelegviz-tartaly

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

10---0O Végigléptetés a hémérsékleteken.

O A hémérséklet mddositasa.

O @, A kovetkez6 hémérsékletre [épés.

QO A valtoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe

Lejtés és eltolas

A lejtéssel és az eltoldssal tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:

= Mddositsa a lejtést, hogy a kilonbdzd kiltéri hémérsékletek szerint
kilonbozbképpen novelje vagy csokkentse a tartaly célhémérsékletét. Ha példaul
a tartalyhémérséklet adltaldban megfelels, de alacsony kiltéri h6mérsékleten tul
hideg, novelje a lejtés mértékét, hogy a tartadlyhémérséklet egyre jobban néjon,
minél alacsonyabb a kiltéri h6mérséklet.

= Mddositsa az eltolast, hogy a kilonbozé kiltéri hémérsékletek szerint egyforman
novelje vagy csokkentse a tartdly célhémérsékletét. Ha példaul a
tartdlyhémérséklet mindig tul hideg, flggetlenll attdl, hogy milyen a kiltéri
hémérséklet, ndvelje az eltolast, hogy a tartaly célhémérséklete minden kiltéri
hémérséklet esetén egyforman néjon.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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Példak

Id6jarasfliggs gorbe, amikor a lejtés van kivalasztva:

[ ¢C

S

X1 X2 A

Id6jarasfliggd gorbe, amikor az eltolds van kivalasztva:

i

Y4

¢
—a ---b

4
+

X1 X2 A
Elem Leiras
a IF-gbrbe a modositasok elstt.
b IF-gbrbe a modositasok utan (példaként):
= A lejtés modositasakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
eltéré mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton.
= Az eltolds modositdsakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c Lejtés
d Eltolas
X1, X2 Példak a kiltéri kornyezeti hémérsékletre
Y1,Y2,Y3, Példak a kivant tartalyhémérsékletre. Az ikon az adott zdna
Y4 hékibocsatojanak felel meg:
. Ij: Hasznalatimelegviz-tartaly
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
©---0 Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.
O--- 0} Lejtés/eltolds mértékének novelése vagy csokkentése.
O Q. Ha a lejtés van kivdlasztva: lejtés beallitasa és ugras az eltoldsra.
Ha az eltolds van kivalasztva: az eltolds beallitdsa.
Q-0 A moédositasok megerdsitése és visszatérés az almendre.

10.5.4 |dGjarasfliggd gorbék hasznalata

Az idGjarasfliggs gorbék a kbvetkezéképpen konfigurdlhatok:
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A célhémérsékleti méd meghatarozasa

Az idGjardsfiggé gorbe hasznalatdhoz meg kell hataroznia a megfelel§
célhémérsékleti médot:

Lépjen a kovetkez6 célhémérsékleti Allitsa a célhémérsékleti médot a

mddra: kovetkezére:
Tartaly
[5.B] Tartdly > Cé1hém.mod Korlatozas: Csak szerel6k szamara
érhetd el.
Id6jarasfiiggd

Az idGjarasfiiggo gorbe tipusanak modositasa
A tartaly tipusdnak modositasahoz |épjen az [5.E] Tartdaly menipontra.
= [5.E] Tartaly > IF gorbe tipusa

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara érhetd el.

Az idGjarasfiiggs gorbe mdédositasa

Z6éna Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

Tartdly Korlatozas: Csak szerel6k szamara
érhet6 el.

[5.C] Tartaly > IF gorbe

INFORMACIO

Maximalis és minimalis célhémérsékletek

i @

Nem konfigurdlhatja a gorbét tartalyhoz bedllitott maximalis és minimalis
célhémérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a minimalis
célhémérséklet elérésekor a gorbe kiegyenesedik.

Az idGjarasfuiggo gorbe pontos beallitasa: gérbeeltolasos gorbe

A kovetkezd tabldazat azt ismerteti, hogyan allithaté be pontosan a tartaly
idgjarasfliggd gorbéje:

A hasznalati meleg viz hGmérséklete ... Pontos beallitas lejtéssel és
eltolassal:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
hémérséklet esetén: | hémérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik T™ —
megfelel
A hémérséklet Melege van N —
megfelel
Fazik A hémérséklet N ™
megfelel
Fazik Fazik — ™
Fazik Melege van N ™
Melege van A hémérséklet ™ N
megfelel§
Melege van Fazik ™ N§
Melege van Melege van — N
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B

70

R32 Split sorozat — Hasznalatimelegviz-tartély
4P680077-1C — 2025.09



10 | Konfigurélas

10.6 Bedllitasok

10.6.1 Meghibdasodas

10.6.2 Tartaly

Lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [ 68].

Az idGjarasfiiggé gorbe pontos beallitasa: 2 pontos gérbe

A kovetkez6 tdbldzat azt ismerteti, hogyan allithaté be pontosan a tartdly

id6jarasfliggd gorbéje:

A hasznalati meleg viz hmérséklete ...

Pontos beallitas

célhémérsékletekkel:

Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Y2 | y1® | x1@ | x2®
hémérséklet esetén: | homérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik T — T —
megfeleld
A hémérséklet Melege van N2 — N —
megfelel
Fazik A hémérséklet — ™ — T
megfelel§
Fazik Fazik ™ ™ T ™
Fazik Melege van N2 ™ N2 ™
Melege van A hémérséklet — N — N%
megfelel§
Melege van Fazik ™ N2 ™ N2
Melege van Melege van J N N N2

@ | 4sd: "10.5.2 2 pontos gdérbe" [» 68].

menu

Tovabbi

bedllitdsokat is megadhat a fémenlképernybje és annak almendi

hasznalataval. A legfontosabb beadllitdsokat az aldbbiakban mutatjuk be.

Hibas mikodés esetén a L) vagy a /N ikon fog megjelenni a kezddképernyén. A

hibakéd megjelenitéséhez

nyissa meg a

menlképerny6t, és

lépjen a

[0] Meghibdsodas ponthoz. A hibdval kapcsolatos tovabbi informacidkért nyomja

meg a ? gombot.

0
& Felhasznaléi profil
d) Uzemeltetés

Q Meghibasodas

(% Tartaly

O Felhasznaléi beallitasok

Attekintés

[0] Meghibasodas

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:
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5(b Uzemeltetés [5] Tar\ta’ly

QMeghibasodas TR ,

(& Tansly Célhémérséklet képernydje
O"};elhasznéléibeélll’ta’sok [5.1] Er6teljes Uzemeltetés

@ Informécié

[5.2] Kényelmi célhOmérséklet
[5.3] Gazdasagos célhémérséklet
[5.4] Ujramelegités célhémérséklet
[5.5] Program

[5.6] Felfiités moéd

[5.7] Fert6tlenités

[5.8] Maximum

[5.9] Hiszterézis

[5.A] Hiszterézis

[5.B] Cé1h6m.mdd

[5.C] IF gorbe

[5.D] Kiilonbség

[5.E] IF gorbe tipusa

[5.F] E1s6bbségi program

[5.G] Uzemmod

[5.H] Gyors méd id6zit6je

Tartaly célhémérséklete képernyd

A hasznalati meleg viz h6mérsékletét a célhémérséklet képernyén allithatja be.
Tovabbi informaciok ennek elvégzésével kapcsolatban: "10.3.5 Célhémérséklet
képernydje" [» 59].

Er6teljes lizemeltetés

Az erételjes Uzemeltetést arra hasznalhatja, hogy azonnal elkezdje felmelegiteni a
vizet az elére beadllitott értékre (Kényelmi célhOmérséklet). Ez aktivdlja a
hészivattyut és az elektromos segédf(itéelemet is, ami tobblet dramfogyasztast
eredményez. Ha az erbteljes Uzemeltetés aktiv, a 4 ikon lathaté a
kezd&képernydn.

Az erételjes lizemeltetés aktivalasa

Az Er6teljes Uzemeltetés a kovetkez6képpen kapcsolhatd be és ki:

1 |Lépjenaz [5.1] pontra: Tartdly > Er6teljes lizemeltetés e

2 | Kapcsolja Ki vagy Be az er6teljes Gizemeltetést. e

Hasznalati példa: Azonnal tébb meleg vizre van szlksége
Ha a kdvetkez§ helyzetben van:
= Mar elhasznalta a meleg viz nagy részét.

= Nem tud varni a kovetkez6 programozott mdveletig, amely felmelegiti a
tarolotartalyt.

Ekkor aktivalhatja a HMV erételjes mkodését.

El6ny: A tdroldtartaly azonnal fel lesz fltve a Kényelmi célhOmérséklet
eléréséig.

SzerelGi referencia-Utmutato

72

PDAIKIN EKHWET90+120B

R32 Split sorozat — Hasznalatimelegviz-tartély
4P680077-1C — 2025.09



10 | Konfigurélas

INFORMACIO

Ha az els6bbségi program a HMV-re van allitva (lasd: Els6bbségi program), és az
erételjes Uzemeltetés aktiv, a légkondicionalasi (htési/fltési) és
teljesitménycsokkenési problémak kockazata jelentésen megnd. A hasznalati meleg
viz gyakori miikodtetése esetén a légkondicionalds (hités/f(ités) gyakran és hosszu
id6kre kimaradhat.

i @

Kényelmi célhémérséklet

Kizarélag akkor alkalmazhato, ha a haszndlati meleg viz készitése Csak program
vagy Program + Ujramelegités. A program bedllitdsakor haszndlhatja a
kényelmi célhémérsékletet el6re bedllitott értékként. Ha késébb mddositand a
betdrolds célhémérsékletet, azt csak egyetlen helyen kell megtennie.

A tartdly addig melegszik, amig el nem éri a kényelmi betarolasi h6mérsékletet. Ez
a magasabb kivant h6mérséklet programozott kényelmi betarolasi mlvelet esetén.

Emellett a tarolas ledllitdsat is be lehet programozni. Ez a funkcié leallitja a tartaly
fltését akkor is, ha az a célhémérsékletet még NEM érte el. Csak akkor
programozza be a tdarolds ledllitdsat, ha a tartaly fltése semmiképpen sem
kivanatos.

# Kod Leiras
[5.2] [6-0A]

Kényelmi célhomérséklet:
= 30°C~[6-0E]°C

Gazdasagos célhémeérséklet

A gazdasagos betarolasi hmérséklet az alacsonyabb kivant tartalyhémérsékletet
jeloli. Ez a kivant hémérséklet programozott gazdasagos taroldsi mivelet esetén
(lehet6leg nappal).

# Kod Leiras
[5.3] [6-0B]

Gazdasagos célhomérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Ujramelegités célhémérséklet
Kivant djramelegitési tartalyhémérséklet, Program + Ujramelegités
modban, Ujramelegités moddban: a garantalt minimalis tartdlyhémérséklet
bedllitdisat a Ujramelegités célhdmérséklet minusz az Ujramelegitési
hiszterézis adja meg. Ha a tartdlyhémérséklet ezen érték ald csdkken, a rendszer
felf(iti a tartalyt.
# Kéd Leiras

[5.4] [6-0C]

Ujramelegités célhémérséklet:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Program

A tartalyhémérséklet programjat a program képernyén allithatja be. A képernyével
kapcsolatos tovabbi informdaciokért lasd: "10.4.3 Programozds képernyé:
Példa" [» 64].

Felfiités mod

A haszndlati meleg viz 3 kilonb6z6 modon allithatd eld. Ezek a kivant
tartalyhémeérséklet bedllitdsanak modjaban és az  egység kivant
tartdlyhémérsékleten torténdé mikodésében kilonbodznek egymastol.
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# Kéd Leirds
[5.6] [6-0D] Felfltés mdd:
= 0. Csak Ujramelegités: Csak az
Ujramelegités Gzemmod engedélyezett.
= 1: Program + Ujramelegités: A

hasznalatimelegviz-tartdly flitése programozas
szerint torténik. A programozott felmelegitési
ciklusok kozott engedélyezett az Ujramelegités
Gzemmad.

= 2. Csak program: A haszndlatimelegviz-
tartaly CSAK programozas szerint flithetd.

A tovabbi részleteket 1asd az Uzemeltetési kézikonyvben.

i

INFORMACIO

Ha az els6bbségi program a HMV-re van éllitva (lasd: Els6bbségi program) és a HMV-
tartdly Uzemmoddja csak Ujramelegités, a teljesitménycsokkenési és kényelmi
problémdk kockazata jelentésen megnd. Az Ujramelegités Uzemmodd gyakori
el6forduldsa esetén a térf(ités/térhiités funkcié rendszeresen megszakad.

i @

INFORMACIO

A hiszterézis (a melegitést kivalté hémeérséklet-csokkenés mértéke) alkalmazasa attol
fliggden eltérhet, hogy a célhémérséklet a kiltéri egység miikodési tartomanyan

belll van-e.

FertGtlenités

Csak a hasznalati melegviz-tartallyal ellatott rendszerekre vonatkozik.

A fert6tlenités funkcid a haszndlatimelegviz-tartdlyt fertStleniti azaltal, hogy
idénként felf(iti a hasznalati meleg vizet egy megadott hémérsékletre.

VIGYAZAT
A A fert6tlenités funkcid beadllitasait a szerelének KELL megadnia a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelelGen.
# Kéd Leiras
[5.7.1] [2-01] Aktivalas:
= 0: Nem
= 1: Igen
[5.7.2] [2-00] Mikodés napja:
= 0: Naponta
= 1: Hétf6
= 2: Kedd
= 3:Szerda
= 4: Csltortok
= 5:Péntek
= 6: Szombat
= 7:Vasarnap
[5.7.3] [2-02] Elindulas ideje
Szerel6i referencia-Gtmutato P DAIKIN EKHWET90+1208
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# Kod Leiras
[5.7.4] [2-03] Tartaly célhémérséklete:
55°C~max(55, [6-0E])°C
[5.7.5] [2-04] Idétartam:
5~60 perc
Tonw 4
[2-03] [2-04]
THM -
Ty
00.00 01.}00 )( )( 22.100 23.00 24i00 t;
[2-02]

Touw Haszndlati meleg viz h6mérséklete

v Felhasznald altal beallitott célhémérséklet
w Magas célhémérséklet [2-03]
t 1d6

FIGYELEM

Arra Ugyelni kell, hogy a fert6tlenités Gzemmdd utan a kifolyd hasznalati meleg viz
hémérséklete a [2-03] helyszini beallitas értéke szerinti lesz.

Ha a hasznalati meleg viz tul magas hémérséklete személyi sériilés kockazatat jelenti,
egy keverGszelepet (nem tartozék) kell a hasznalatimelegviz-tartdly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a keverdszelepnek kell biztositania, hogy a
kifolyé meleg viz h6mérséklete soha ne mehessen egy beallitott maximalis érték folé.
A meleg viz megengedett legnagyobb hémérsékletét a vonatkozd jogszabdlyoknak
megfelel6en kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg rola, hogy varhatéan NEM jelentkezik majd hasznélatimelegviz-igény
a fert6tlenitési funkcio kezdési idejekor [5.7.3] és meghatarozott idétartama kozben
[5.7.5].

MEGJEGYZES

Fert6tlenitési lizemmadd. A fert6tlenitési GUzemmodd akkor is aktiv marad, ha
KIKAPCSOLJA a tartdlyfiitési Gzemmddot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha
azonban a fert6tlenités futasa kozben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakaod.

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertStlenités funkcié nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kdvetkezdket ajanlott tennie:

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmod
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerel&i bedllitdsoknal allithatja be (fertétlenités funkcid).

= Amikor a Csak program tzemmdd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mlUveletet 3 ordval a fert6tlenités funkcié induldsa el6ttre, hogy
elére felmelegitse a tartalyt.
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INFORMACIO

A fert6tlenitési funkcid Ujraindul, ha a hasznalati meleg viz h6mérséklete 5°C-kal a
fert6tlenitési célhémérséklet ala esik a folyamat ideje alatt.

i @

Maximalis HMV-célhémérséklet

A felhasznalok altal kivalaszthaté maximalis hasznalati meleg viz hémérséklet. Ezt a
bedllitast a melegvizcsapok h6mérsékletének korlatozasara hasznalhatja.

INFORMACIO

[ J
l A hasznalatimelegviz-tartdly fert6tlenitése kozben a HMV-hEmérséklet tullépheti a
maximalis értéket.

INFORMACIO

A maximalis melegviz-h6mérséklet legnagyobb értékét a vonatkozé jogszabdlyoknak
megfelel6en kell korlatozni.

i @

Hiszterézis (a hdszivattyt BEKAPCSOLASI hiszterézise)

Kizarolag akkor alkalmazhatd, ha a hasznalati meleg viz készitésének beallitdsa Csak
Ujramelegités. Ha a tartaly hémérséklete az Ujramelegitési hémérséklet és a
hészivattyl BEKAPCSOLAS| hiszterézisének kilonbsége ald esik, a tartaly
felmelegszik az Ujramelegitési h6mérsékletre.

# Kaod Leiras
[5.9] [6-00] A hészivattyd BEKAPCSOLASI hiszterézise
= 2°C~20°C

Hiszterézis (Gjramelegitési hiszterézis)

Kizarélag akkor alkalmazhatd, ha a haszndlati meleg viz készitésének beallitasa
Program+Ujramelegités. Ha a tartadly hémérséklete az Ujramelegitési hémérséklet
és az Ujramelegitési hiszterézis kilonbsége ald esik, a tartdly felmelegszik az
Ujramelegitési hémérsékletre.

t# Kod Leiras
[5.A] [6-08] Ujramelegitési hiszterézis
= 2°C~20°C
INFORMACIO

i @

A kultéri egység legoptimaélisabb miikodése érdekében javasoljuk, hogy a hiszterézist
allitsa 6°C-ra vagy annal magasabbra.

INFORMACIO

Ha az Ujramelegités célnémérséklete a kiiltéri egység miikodési tartomanyan kivil
esik, a hiszterézis a hdészivattyd miukodtetésével elérheté legmagasabb
hémérsékletre vonatkozik.

i @

Célhém.mod

# Kod Leiras
[5.B] N/A Célhom.mdd:
- Rogzitett
= Id6jarasfiggd

SzerelGi referencia-Utmutato
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IF gorbe

Ha az id6jarasfuggd Uzemmadd aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatarozza
a kivant tartdlyhémérsékletet az atlagolt kultéri hémérséklet figgvényében: mivel a
hideg viz csapja hidegebb, alacsonyabb kiltéri h&mérséklet magasabb
tartalyhémérsékletet eredményez, és forditva.

A haszndlati meleg viz Csak program vagy Program + Ujramelegités
készitése esetén a kényelmi betdroldsi hémérséklet id6jarasfiiggs (az iddjarasfiggd
gorbe alapjan), mig a gazdasagos betdroldsi és az Ujramelegitési h6mérséklet NEM
id6jarasfiggd.

A haszndlati meleg viz Csak  Ujramelegités mlivelete esetén a kivant
tartalyhémérséklet idGjarasfliiggs (az iddjarasfiggd gorbe alapjan). Id6jarasfiggd
mikodés alatt a végfelhasznald nem dllithatja be a felhasznaléi fellleten a kivant
tartdlyhémérsékletet. Lasd még: "10.5 IdGjarasfliggd gorbe" [» 67].

#

Kod

Leiras

[5.C]

[0-OE]
[0-0D]
[0-0C]
[0-0B]

IF gorbe:

Megjegyzés: Az idGjarasfliggs gorbe beallitasara
2 modszer van. A kiillonb6z8 gorbetipusokkal
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd:

"10.5.2 2 pontos gorbe" [» 68] és

"10.5.3 Gorbeeltolasos gorbe" [» 68]. Mindkét
gorbetipus esetében 4 helyszini bedllitast kell
konfiguralni az aldbbi abran lathaté mddon.

ToHw
[0-0C] —

[0-0B]

[0-0E] popj  'la

= Touw: A kivant tartdlyhémérséklet.
= T,: Az (atlagolt) kils6 hémérséklet

= [0-OE]: alacsony kilsé hémérséklet: —40°C~5°C

= [0-0D]: magas kilsé hémérséklet: 10°C~25°C

= [0-0C]: a kivant tartalyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet az alacsony kilsé hémérséklet ala
csokken vagy azzal egyenld: Min(45,[6-0E])
°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: a kivant tartdlyhémérséklet, ha a kiltéri
hémérséklet a magas kilsé hémérséklet folé
emelkedik vagy azzal egyenl8: 35°C~[6-0E]°C

Kiilonbség

Haszndlati meleg viz Uzemmddban az aldbbi hiszterézisérték allithatd be a
hdszivattyu mikodtetéséhez:

# Kod Leirds
[5.D] [6-01] A hészivattyu KI hémérsékletét meghatarozé
hémérséklet-kilonbség.
Tartomany: 0°C~10°C
EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Példa: célhémérséklet (T,)>maximalis h6szivattyu-hémérséklet—[6-01] (T, yax—

[6-01])
TDHW
A
Ty=Tgsh orr 60 AN
Thpvax 50 TS N v
HP OFF 3 16-00)/{6-08]
HP ON
40
30 | BSH
20 1 TU = 60°C
Thpmax = 90°C HP
101 HP [6-01] = 2°C
[6-00)/[6-08] = 2°C
5 >
t
BSH Segédfiitéelem
HP HG&szivattyu. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hészivattyu felflitse a rendszert, a
segédflitéelem rasegithet a melegitésre, ha a Gyors izemmad van kivélasztva.
Tasuore A segédflitéelem kikapcsoldsi h6mérséklete (T,)
Tuemax A haszndlatimelegviz-tartélyban 1évé érzékel&ével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet
Twrore A hGszivattyl kikapcsolasi hémérséklete (T, ya—[6-01])
Twron A hOszivattyl bekapcsoldsi hémérséklete (T, o= [6-00]) vagy(T s o~ [6-08])
Touw Haszndlati meleg viz h6mérséklete
T, Felhaszndld altal (a felhasznaloi fellleten) bedllitott célhémérséklet
t Id6

Példa: célhémérséklet (T,)<maximalis h6szivattyd-hémérséklet—[6-01] (T,p yax—

[6-01])
TDHW A\
T e max 50
= 45
T6=T e ore | t6-0016-08]
THPON43
40
30 1
20 1
HP
101
5 .
t
HP HG&szivattyu. Ha tul hosszu ideig tart, hogy a hészivattyu felf(itse a rendszert, a
segédflitGelem rasegithet a melegitésre, ha a Gyors izemmad van kivalasztva.
Tuemax A haszndlatimelegviz-tartélyban 1évE érzékel&ével mért maximalis hészivattyu
hémérséklet
Tworr A hszivattyl kikapcsoldsi h6mérséklete (T, yax—[6-01])
Twron A hGszivattyl bekapcsolasi h6mérséklete (T, orr—[6-00]) vagy (T, or—[6-08])
Touw Haszndlati meleg viz h6mérséklete
T, Felhaszndld altal (a felhaszndloi fellleten) beallitott célhémérséklet
t Id6
INFORMACIO

i @

A maximalis hdszivattyd-hémérséklet a kils6 hémérséklettdl fligg. Tovabbi
informaciokért lasd a mlkodési tartomanyt.

IF gérbe tipusa

Az id6jarasfliggs gorbék meghatarozdsara 2 moédszer alkalmazhaté:
= 2 pont (lasd: "10.5.2 2 pontos gorbe" [» 68])
= GOorbeeltolads (lasd: "10.5.3 Gorbeeltoldsos gorbe" [» 68])

SzerelGi referencia-Utmutato

78

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznalatimelegviz-tartély
4P680077-1C — 2025.09

P DAIKIN



10 | Konfigurélas

tipusa terlleten vaélassza ki, melyik mddszert szeretné

tipusa terileten csak olvashaté mddban megjelenik a

kivalasztott mddszer (a [2.E] terlileten megadottal megegyezs érték).

Leiras

A [2.E] IF gorbe
alkalmazni.
Az [5.E] IF gobrbe

# Kéd
[2.E]/ [5.E] N/A

= 0:2 pont
= 1: GOrbeeltolas

Els6bbségi program

Tobb beltéri egység esetében (példaul 1 tartdly, 1 légkondicionald). Ez a beallitas
kivalasztja a kultéri egység altal elényben részesitendd Gzemmadot (beallithato
minden egyes hdonapra): hasznalati meleg viz (DHW) vagy légkondicionalds (A/C). A
kivalasztott prioritdstol fliggben a kiltéri egység donthet Ugy, hogy egyszerre kezeli
a két Gzemmodot (nem lehetséges, ha a légkondicionald hiitési Gzemmaodot kér),
vagy hogy csak egyet hajt végre a kért Gzemmadok kozul.

#

Kod

Leiras

[5.F]

[A-00]

= 0: HMV

Els6bbségi program:

= 1: Légkondicionalas

Ha a HMV- és a légkondiciondlasi kérések egyszerre torténnek, annak a
programozott els6bbségi beallitasok alapjan a kdovetkezd kimenetelei

lehetnek™:
Ha... A hészivattyld izemmoédja=...
Melyik kapjon A Képes a
els6bbséget? |légkondiciona| kiltéri
las kérése ... | egység
mindketté
re?®
DHW Hdtés - HMV, a légkondicionalas pedig
varakozik
Fltés lgen HMV és légkondiciondlds egyltt
Nem HMV, a légkondiciondlds pedig
varakozik
A/C Hités - Légkondicionalas, a HMV-t pedig
segédflitéelem biztositja
Fltés lgen HMV és légkondicionalds egyltt
Nem Légkondicionalds, a HMV-t pedig
segédfltbelem biztositja

@ A kiiltéri egység donti el.

W *akkor alkalmazhatd, ha a kiiltéri kérnyezeti h6mérséklet és a tartaly célhémérséklete a kiiltéri egység miikodési

tartomanyan beldl taldlhato
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Uzemmaéd és Gyors méd idézitéje

Hasznélati meleg viz (HMV) eléllitasakor a segédfiitéelem engedélyezése™ a
kovetkez6képpen valaszthatd ki vagy korlatozhato:

# Kod Leiras
[5.G] [A-01] Els6bbségi program:
= 0: Hatékony: A segédfiitéelem le van tiltva®,

kivéve, ha a kiltéri egység nem képes HMV
el6allitasara (lasd az elsGbbségi programot)

= 1: Gyors: A segédf(itéelem tdmogathatja a
h&szivattyut a HMV el&allitdsakor

[5.H] [8-03] A Gyors kivalasztasakor a segédf(itéelem egy
késleltetési id6 utan elindulhat, hogy segitse a
hdszivattyd mikodését. A késleltetési id6t a
kivalasztott Gyors mod id6zitGje
hatarozza meg:

= Turbd (10 perc)
= Normdalis (20 perc)

= Gazdasagos (30 perc)

@ Ha a tartaly fertStlenitése Hatékony tizemmadban zajlik, a segédfiitéelem még mindig
bekapcsolhat 20 perc utan, hogy tdmogassa a hészivattyd mikodését.

10.6.3 Felhasznaldi beallitasok
Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

A [7] Felhasznaléi beallitasok
(35 Tartaly
O Felhasznal6i beallitasok [71] Nyelv
@Infovma’cié [72] Id(')'/détum
X Szereléi beallitasok
[7.3] Szabadsag
[7.4] Csendes
Nyelv
# Kaod Leiras
[7.1] N/A Nyelv
Id6/datum
# Kod Leiras
[7.2] N/A A helyi id6 és datum bedllitasa

INFORMACIO

Alapértelmezés szerint a nyari id6szamitds engedélyezett, és a rendszer 24 oras
id6formatumot haszndl. Ezek a beallitdsok a kezdeti konfiguralas soran vagy a
kovetkez6 menltben moddosithatok: [7.2]: Felhasznaldéi bedllitasok > Id6/
datum.

i @

' Ha a kiiltéri hémérséklet és/vagy a célhdmérséklet a kiiltéri egység miikodési tartomanyan kiviil esik, a segédfiitéelem
mikddése is engedélyezett, lasd: "Uzemeltetés" [» 86).

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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Sziinnap

Csendes

A szabadsdag lizemmadd bemutatasa

Szabadsaga alatt a mindennapi programok mddositdsa nélkil térhet el azoktdl.
Amig a szlnnap Gzemmodd aktiv, a rendszer kikapcsolja a hasznalati meleg viz
Uzemmodot. A fertStlenitési Gzemmad aktiv marad.

Jellemz6 munkafolyamat

A sziinnap Uzemmodd alkalmazasa jellemz&en a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Aszlnnap Gzemmadd aktivaldsa.
2 Aszinnapok kezdd és befejezd napjanak bedllitasa.

Annak ellendrzése, hogy a szabadsag izemmaod aktiv-e és/vagy miikodésben
van-e

Ha a ikon megjelenik a kezd6képernyén, a sziinnap Gzemmaod aktiv.

A sziinnapok beallitasa

1 | Aktivalja a sziinnap Uzemmadot. —

= Lépjen a [7.3.1] pontra: Felhaszndldéi beallitdsok > Qa0
Szabadsag > Aktivalas.

7.3.1

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

= Valassza ki a Be lehetdséget. Qe+ O

2 | Allitsa be a sziinnapok elsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.2] pontra: Ekkortol:. Qs+ O
= Valassza ki a napot. -0

OO}
= Erésitse meg a véltoztatdsokat. QO

3 | Allitsa be a sziinnapok utolsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.3] pontra: Eddig:. @O
= Vdlassza ki a napot. 10---0O

0@
= Erésitse meg a valtoztatdsokat. Q4O

A csendes lizemmadd bemutatasa

Csendes Gzemmodban a kiltéri egység kisebb hangerével mikodik. Ez ugyanakkor
csokkenti a rendszer f(it6/h(it6 teljesitményét is. A csendes tizemmad tobb szinttel
rendelkezik.

A szerel6 altal elvégezhet§ miveletek:
= A csendes Gzemmod teljes kikapcsolasa
= A csendes Gzemmod egy szintjének manualis bekapcsoladsa

= A csendes Gzemmodd Utemezése programozadsanak engedélyezése a felhasznald
szamara
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= A korlatozasok konfiguraldsa a helyi el6irdsok alapjan

Ha a szerel§ engedélyezte, a felhasznald programozhatja a csendes lUzemmadd

Utemezését.
o INFORMACIO
l Ha a kiltéri hémérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint hasznalata NEM
ajanlott.

Annak ellenérzése, hogy a csendes iizemmad aktiv-e

Ha a {@ ikon l4thaté a kezd6képernyén, a csendes izemmaod aktiv.

A csendes lizemmad hasznalata

1 |Lépjena[7.4.1] pontra: Felhaszndldi beallitasok > e
Csendes > Uzemméd.
2 | Tegye a kovetkez6k egyikét: —
Ha ezt szeretné... Akkor...
A csendes (izemmad teljes Vélassza ki a K1 lehet&séget. e
kikapcsolasa Eredmény: Az egység soha nem fut
csendes Gzemmaodban. A
felhasznald ezt nem maddosithatja.
A csendes Uzemmdd egy Vélassza ki a Kéz1i lehet8séget. (@O
szmtjenek’manualls Lépjen a [7.4.3] Szint teriletre, és QO
bekapcsolasa , . . .
valassza ki a csendes (izemmadd
alkalmazni kivant szintjét. Példa:
Legcsendesebb.
Eredmény: Az egység mindig a
kivalasztott csendes lizemmod
szintjén fut. A felhasznald ezt nem
modosithatja.
= A csendes Uzemmod | Valassza ki a Automatikus (@O
programozasanak lehet8séget.
engedélyezése a felhasznalo Eredmény:
széméra, ES/VAGY )
- ,/ . |=A felhaszndlé  (vagy = On)
° A korlatozasok konfiguralasa| orogramozhatja az iitemezést a
a helyi eldirasok alapjan [7.4.2] Program bedllitisban.
Tovabbi informaciok a
programozassal kapcsolatban:
"10.4.3 Programozas képerny6:
Példa" [» 64].
= A korlatozasokat itt
konfiguralhatja: [7.4.4]
Korlatozasok. Lasd aldbb.
= A csendes Uzemmod eredményei
a programtdl (ha be van
programozva) és a korlatozasoktol
(ha engedélyezve/definidlva
vannak) figgdéen eltérék lehetnek.
Lasd aldbb.
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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10.6.4

Informacio

A korlatozasok konfiguralasahoz

Igen lehet8séeget.

1 Engedélyezze a korlatozasokat.

Lépjen a [7.4.4.1] ponthoz: Felhaszndldéi bedllitasok >
Csendes > Korlatozasok > Engedélyezés, és valassza a

QO

Példa: de. 9-tél de. 11-ig.

Példa: Csendesebb

2 | Hatdrozza meg a délel6tti korlatozdsokat (id6 + szint): QO
= [7.4.4.2]De., korlatozott ido

= [7.4.4.3]De., korlatozott szint

Példa: du. 3-tdl du. 7-ig.

Példa: Legcsendesebb

3 | Hatarozza meg a délutani korlatozasokat (idé + szint): Q-0
= [7.4.4.4]Du., korlatozott ido

= [7.4.4.5]Du., korlatozott szint

Lehetséges eredmények, ha a csendes lizemmadd bedllitasa Automatikus

Ha...

A korlatozasok| A korlatozasok

Van

engedélyezve | (id6 + szint) |beprogramozv

A csendes izemmad =...

vannak? definidlva a program?
vannak?
Nem N/A Nem Kl
lgen Koveti a programot
lgen Nem Nem Kl
lgen Kdveti a programot
lgen Nem Koveti a korlatozast
lgen = A korlatozas ideje alatt: Ha a

korldtozott szint szigorubb,
mint a programozott szint,
akkor a korlatozott szint
érvényestl. Ha nem, akkor a
programot koveti.

= A korlatozas idején kiviil: A
program érvényesul.

Attekintés

Az almeni a kovetkezd elemeket tartalmazza:
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° [8] Informacid

(3 Tartaly
O Felhasznalsi beallitasok

(D) tormicis [8.2] Hibael6zmények
3 szerelsi bealltasok [8.3] Forgalmazdval kapcsolatos
8 Botzemete informaciok

[8.4] Erzékeldk

[8.5] Mlikodtets egységek
[8.6] Uzemmédok

[8.7]) Névjegy

[8.8] Csatlakozas allapota
[8.9] Uzemid6

[8.A] Visszadllitas

Forgalmazoval kapcsolatos informacidk
A szerel6 ide beillesztheti a kapcsolatfelvételi adatait.
# Koéd Leiras

[8.3] N/A Problémak esetén a felhasznalok altal hivhato
telefonszamok.

Visszaallitas

Allitsa vissza az MMI-ben (a beltéri egység felhasznaldi feliilete) tarolt konfiguracios
beallitdsokat.

Példa: Szinnapi bedllitasok.

INFORMACIO

[ ]
l Ez nem allitja vissza a beltéri egység konfiguracios bedllitdsait vagy helyszini
bedllitasait.
# Kaéd Leiras
[8.A] N/A Az MMI EEPROM
visszaallitdsa a gyari
értékre
Lehetséges leolvashaté informaciok
A kovetkez6 meniiben: Ezt olvashatja le...
[8.2] Hibaeldzmények Hibael6zmények

[8.3] Forgalmazdéval kapcsolatos |Kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat szama
informdcidk

[8.4] Erzékeldk Kultéri h6mérséklet,
tartalyhémeérséklet.

[8.5] Miikodtetd egységek Minden mU(kodtets egység allapota/
dzemmodja

Booster heater

[8.6] Uzemmédok Aktudlis izemmad
Példa: Jégmentesités/olaj visszahordas
dzemmaod
[8.7] Névjegy A rendszer verzidinformacioi
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET9S0+120B
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A kovetkezé meniiben: Ezt olvashatja le...

[8.8] Csatlakozas allapota Az egység, a szobatermosztat és a
WLAN kapcsolédasi dllapotaval
kapcsolatos informaciok.

[8.9] Uzemidé Adott rendszerdsszetevék lUizemideje

10.6.5 SzerelGi bedllitasok
Attekintés

Az almeni a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

9

[9] Szereldi bedllitasok

O Felhasznaléi beallitasok

i,'"::fj; I [9.1] Beallitas varazslé
B Beizemelés [9.4] Segédfiitbelem

8 Felhasznalsi profil

[9.5] Vésziizem

[9.9] Energiafogyasztas-vezérld
[9.E] Automatikus uUjrainditas
[9.F] Energiatakarékos funkcio
[9.G] Védelmek letiltasa

[9.]] Helyszini bedllitdsok
attekintése

[9.N]MMI-beallitasok exportalasa

Konfiguralas varazslo

A rendszer els6 BEKAPCSOLASAT kovetSen a felhaszndldi felilet végigvezeti a
konfiguralds varazslén. igy megadhatja a legfontosabb induld bedllitasokat. Ennek
kdszonhetben az egység megfelel6en lUzemeltethetd lesz. Késébb sziikség szerint a
meniszerkezet haszndlataval adhatja majd meg a részletes beallitasokat.

A konfigurdlds varazsld Ujrainditasahoz lépjen az Szerel6i bedllitasok >
Bedllitds varazsld [9.1] menUpontra.

Segédfiitéelem

Segédfiitéelem teljesitménye

A segédflitéelem teljesitményét meg kell adni az energiafogyasztds-vezérlé helyes
mUkodése érdekében. A segédflitéelem ellendllasértékének mérésekor bedllithatja
a pontos flit6teljesitményt, ami pontosabb energiaadatokat eredményez (példaul
az energiafogyasztds vezérléséhez). A haszndlatimelegviz-tartdlyban felszerelt
segédfltéelem kapacitasa 1,2 kW.

t# Kod Leiras

[9.4.1] [6-02] Segédfiitéelem teljesitménye [kW]. A
segédfiitéelem teljesitménye névleges
fesziltségen.

Tartomany: 0~10 kW

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Gyors mod idézit6je

# Kéd Leiras

[9.4.3] [8-03] Segédfiitéelem késleltetési id6zitbje.

A segédflitéelem inditasi késleltetésének ideje,
ha a hdszivattyu hasznalati meleg viz izemmaddja
aktiv, és a tartaly Gyors Gzemmaodban van. Lasd:
"10.6.2 Tartaly" [» 71].

= Ha a h@szivattyd haszndlati meleg viz
Uzemmodja aktiv, és a tartdly Gyors
Uzemmoddban van, a  késleltetési id6
alapértelmezés szerint 20 perc. A
végfelhaszndld 3 el6re meghatdrozott érték
kozdl valaszthat: 10, 20 vagy 30 perc. Lasd:
Uzemméd, "Uzemmdd és  Gyors mod
idézit6je" [» 80].

= A késleltetési id6 onnantdl indul, hogy a
hészivattyd elkezd haszndlati meleg vizet
elGallitani.

= A segédflitGelem késleltetési idejének a
maximalis mUkodési id6hoz torténd
hangoldsadval optimalis egyensuly teremtheté
az energiahatékonysag és a felf(itési id6 kozott.

= Ha a segédflitéelem késleltetési ideje tul nagy,
akkor hosszu id6ébe telhet, hogy a hasznalati
meleg viz elérje a célhEmérsékletet.

Tartomany: 5~95 perc. Ha a szerel§ a [8-03]
esetében a 3 elbre bedllitott értéktdl eltérd
értéket allitott be a végfelhaszndlénak, ezt a
"szerel6 altal bedllitva" felirat jelzi a Tartdly >
Gyors méd idézitdje részben. Javasoljuk az egyik
el6re beallitott érték kivalasztasat a
végfelhasznald szamara.

Uzemeltetés

# Kéd Leirds
[9.4.4] [4-03] Meghatarozza a segédflitbelem mikodésének

jogosultsagat a kornyezeti hGmérséklet, a
hasznalati meleg viz h6mérséklete, illetve a
hdszivattyd Gzemmadja figgvényében.

[9.4.4] [4-03] = 0 Korlatozott: A segédflitéelem mikodése
NEM engedélyezett, kivéve "Fert6tlenitési
funkcié" és "Nagy teljesitmény( hasznalativiz-
melegités" esetén.

Ezt a bedllitds csak akkor haszndlja, ha a
hdszivattyu kapacitasa a teljes fltési szezonban
fedezni tudja a f(itési és a haszndlati meleg viz
h&igényét.

[9.4.4] [4-03] =1 Engedélyezett: A  segédflitGelem
muakddése szlikség esetén engedélyezett.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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Vésziizem

# Kod Leirds
[9.4.4] [4-03] = 2 Atfedés: A segédf(itéelem m(ikodése a

h&szivattyl hasznalativiz-melegitési mdikodési
tartomanyan kivil is engedélyezett.
A segédflitéelem mikodése kizardlag a
kovetkez§ esetekben engedélyezett:

- A kornyezeti hémérséklet a miuikodési
tartomanyon kivil van: T,<-15_C] vagy
T >42°C

- A haszndlati meleg viz hémérséklete 2°C-kal

alacsonyabb, mint a hdszivattyd Kl
hémérséklete.

9.4.4 [4-03] = 3 Kompresszor ki: A segédf(itéelem
mUkodése abban az esetben engedélyezett, ha
a hészivattyl NEM aktiv hasznalativiz-melegités
kdzben.

Megegyezik a 1. bedllitdssal, de a
h@szivattyl hasznalatimelegviz-izeme és a
segédflitéelem egyszerre torténd miikodése
nem engedélyezett.

INFORMACIO

Ha a [4-03] kivalasztott értéke nem 1, a Gyors Gzemmod nem fog mUkodni. Lasd:
Uzemmdd; "Gyors méd iddzitSje" [» 86].

i @

Vésziizem

Amikor a hészivattyuk nem miikodnek, a segédflitéelem szolgdlhat szikséghelyzeti
flt6egységként, amely automatikusan vagy felhaszndldi beavatkozasra atveszi a
héterhelést.

= Ha az Vésziizem bedllitdsa Automatikus, és a hészivattyld meghibasodik, a
tartdly segédflit6eleme automatikusan atveszi a haszndlati meleg viz el$allitasat.
= Ha az Vésziizem értéke Kézi, és a hészivattyl meghibdsodik, a hasznalati meleg

viz elallitasa ledll.
A mikodés felhasznaldi fellleten keresztll torténd manudlis visszadllitdsdhoz
lépjen a Meghibdsodas fémenl képernyGjére, és erdsitse meg, hogy a
segédfltéelem atveheti-e a héterhelést vagy sem.
Ha a hazban hosszabb ideig nem tartézkodik senki, az Vésziizem beallitast ajanlott
Kézi értékre allitani az aramfogyasztas minimalizalasa érdekében.

# Kod Leiras

[9.5.1] [4-06] = 0:Kézi
= 1: Automatikus

INFORMACIO

Az automatikus szikséghelyzeti mikodés beallitdsa csak a felhasznaldi felllet
menUszerkezetében allithato be.

i @

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly
4P680077-1C — 2025.09

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
87



10 | Konfiguralas

Energiafogyasztas-vezérl6

ErzékelGk

i @

INFORMACIO

Ha egy hészivattyuhiba jelentkezik, és az Vésziizem bedllitdsa Kézi, a fert6tlenitd
funkcid CSAK akkor aktivalédik, ha a felhasznald a felhasznaldi feltleten keresztil
megerdssiti a vészhelyzeti miikodeést.

Energiafogyasztas-vezérlé

A funkcidval kapcsolatos részletes informacidk: "6 Hasznalati iranyelvek" [» 23].

#

Kod

Leiras

[9.9.1]

[4-08]

Energiafogyasztas-vezérld:

= 0 Nem: Letiltva.

= 1 Folyamatos: Engedélyezve: megadhat egy
teljesitménykorlat értéket (A vagy kW),
amelyre a rendszer minden esetben
korldtozza az energiafogyasztast.

[9.9.2]

[4-09]

Tipus:
=0 Amper: A korldtozasi értékek A
mértékegységben vannak megadva.

=1 kW: A korldtozdsi  értékek kW
mértékegységben vannak megadva.

Korlatozas, ha [9.9.

1]=Folyamatos és [9.9.2]=Amper:

#

Kod

Leiras

[9.9.3]

[5-05]

Korlatozas: Kizérdlag a folyamatos
aramer@sség-korlatozasi Gzemmad esetén
alkalmazhato.

12 A~50 A

Korlatozas, ha [9.9.

1]=Folyamatos és [9.9.2]=kW:

#

Kod

Leiras

[9.9.8]

[5-09]

Korlatozas: Kizérdlag folyamatos
aramforras-korlatozasi Gzemmaod esetén
alkalmazhato.

3 kW~20 kW

Atlagolasi id6

Az atlagid6ézité korrigdlja a kornyezeti hémérsékleti ingadozdsok hatdsat. Az
idGjarasfliggd célhémeérsékletet a rendszer az atlagos kiltéri hGmérséklet alapjan

szamitja ki.

A kiltéri hémérsékletet a kivalasztott id6tartamra atlagolja a rendszer.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Kod

Leiras

[9.B.3]

[1-0A]

Atlagolasi idé:

= 0: Nincs atlagolas
= 1:12 d6ra
= 2:24 6ra
= 3:48 6ra
= 4:72 éra

Automatikus Gjrainditds

Automatikus Gjrainditas

Az automatikus Ujrainditds funkcié daramkimaradds utdn visszakeresi a kezel6felllet
aramkimaradds el6tti beallitasait. Ezért ajanlott ennek a funkcidnak az allandé
engedélyezése.

# Kéd
[3-00]

Leiras

[9.E] Automatikus Ujrainditas:
= 0:Kézi

= 1: Automatikus

Energiatakarékos funkcio

Meghatdrozza, hogy a klltéri egység tdpellatdsa megszakithato-e (a beltéri egység
vezérldje altal) Uzemsziineti allapot esetén (amikor nincs légkondiciondldsra vagy
hasznélati meleg vizre vonatkozo igény). A kiltéri egység Gzemszlneti tapellatas-
megszakitasanak engedélyezésére vonatkozd végsé dontés a kornyezeti
hémérséklettél, a kompresszor allapotatdl és a belsd id6ziték minimalis értékétdl

flgg.

Az energiatakarékos funkciéhoz engedélyezni kell az [E-08] paramétert a
felhasznaldi fellleten.
# Kéd Leiras
[9.F] [E-08] Energiatakarékos funkcio kiltériegység
esetében:
= 0: Nem
= 1:Igen

Védelmek letiltasa

Védelmi funkciok

Az egység a kovetkezd védelmi funkcidval van felszerelve:
= Tartdly fertStlenitése [2-01]

# Kéd Leiras
[9.G] N/A Védelmek letiltasa:
= 0: Nem
= 1:Igen
EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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INFORMACIO

Védelmi funkciok — "Szerel6 a helyszinen lizemméd". A szoftver fel van szerelve
védelmi funkciokkal; ilyen példdul a tartaly fertStlenitési funkcidja. Sziikség esetén az
egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkciokat.

i @

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant miékodés. A védelmi funkciok szikség
esetén letilthatdak:

= Az els6 bekapcsolaskor: A védelmi funkciok alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 36 6ra utdn a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késGbbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkciokat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen bedllitds megadasdval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkcidékat a [9.G]: Védelmek letiltasa=Nem
bedllitas megadasaval.

Helyszini beallitasok attekintése

Majdnem minden bedllitds elvégezheté a menlszerkezet haszndlataval. Ha
barmilyen okbdl szikséges egy bedllitds mddositdsa a beadllitdsok attekintése
felUleten, akkor azt a [9.]] Helyszini beallitasok attekintése pontban
érheti el. Lasd: "Beallitas attekintésének modositasa" [» 54].

MMI-bedllitasok exportalasa

A konfiguracios bedllitasok exportalasa

Az egység konfigurdcids beallitdsait egy USB-memdriaeszkdzre exportalhatja az
MMI-n (a beltéri egység felhasznaléi felllete) keresztll. Hibaelharitaskor ezeket a
bedllitdsokat dtadhatja a szervizrészlegnek.

# Kéd Leirds
[9.N] Nem Az MMI-bedllitdsok exportdlva
alkalmazhaté |lesznek a csatlakoztatott
taroldeszkozre:
= Vissza
= 0K

Az MMI-bedllitasok exportalasa

1 | Csatlakoztasson egy USB-memoriaeszkozt a felhasznaloi —
felllethez.

2 | Afelhaszndldi feltleten lépjen a [9.N] MMI-beallitdsok (@O
exportdlasa meniponthoz.

3 |Vdlassza ki a OK lehetdséget. Q-0

4 |Tavolitsa el az USB-memoriaeszkozt. —

SzerelGi referencia-Utmutato
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Zarja be a felhasznaloi fellletet.

10.6.6 Belzemelés
Attekintés

Az alment a kovetkezd elemeket tartalmazza:
A

S [A] Belizemelés
X szerelsi beallitasok

é Belizemelés
& Felhasznaldi profil

[A.2] Mikodtetd probalizem
® Uzemeltetés

[A.1] Uzemeltetési prdbaiizem

A belizemelés
Lasd: "11 Belzemelés" [» 97]

10.6.7 Felhasznaloi profil

[B] Felhasznaléi
modositasa" [» 53].

B

profil: Lasd: "A felhasznaldi jogosultsagi szint

X Szerelsi beallitasok

g Belizemelés

8 Felhasznaléi profil

d) Uzemeltetés
£\ Meghibasodas

[B] Felhasznaloi profil

10.6.8 Uzemeltetés
Attekintés

Az almeni a kdvetkez6 elemeket tartalmazza:
C

o setromes [C] Uzemeltetés

&, Felhasznalsi profi

d) Uzemeltetés [C3] Ta r‘ta' ].y
[\ Meghibasodas
@ Szoba

A funkcidk engedélyezéséhez vagy letiltasahoz

Az Uzemeltetési menliben egyenként engedélyezheti és tilthatja le az egység
funkcidit.

EKHWET90+1208B
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# Kéd Leiras
[C.3] N/A Tartaly:
= 0: Ki
= 1:Be
10.6.9 WLAN
INFORMACIO
Korlatozas: A WLAN-bedllitdsok csak akkor lathatdk, ha be van helyezve egy WLAN-
kazetta a felhasznaldi feltleten.
Attekintés
Az almeni a kovetkezé elemeket tartalmazza:
[;%mnélmm [D] Vezeték nélkili atjaro
d) Uzemeltetés . P Py -
= Sy——r—— [D.1] AP lizemmdéd engedélyezése
[\ Meghibasodas [D.2] Uj rainditas
@ Szoba
[D.3] WPS
[D.4] Eltavolitas a felhdobdl
[D.5] Otthoni haldzati kapcsolat
[D.6] Felh6kapcsolat
A WLAN-kazetta ismertetése
A WLAN-kazetta csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasznald igy a
ONECTA alkalmazason keresztil vezérelheti a rendszert.
Ehhez az aldbbiakra van szlkség:

a | WLAN-kazetta A WLAN-kazettat be kell helyezni a felhasznaloi
fellleten. Lasd a WLAN-kazetta szerelési
kézikdnyvét.

b | Utvalasztd Nem tartozék.

¢ |Okostelefon+alkalmaz | A ONECTA alkalmazast telepiteni kell a felhasznald

as okostelefonjara. Lasd:

“w DAIKIN http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EKHWET90+120B
92 R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly

4P680077-1C—2025.09



http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

10 | Konfiguralas

Konfiguralas

A ONECTA alkalmazds bedllitdsdhoz kovesse az alkalmazdsban megjelend
Utmutatdsokat. Ekdzben az aldbbi miveletekre és informaciokra ([D.1]~[D.6]) van
szUkség a felhasznaldi fellleten:

[D.1] AP lizemméd engedélyezése: Aktivdlja a WLAN-kazettat hozzaférési
pontként.

# Kod Leiras
[D.1] N/A

Ez a beallitads egy véletlenszer( SSID-t és kulcsot
general (+ QR-kdédot), amelyre a ONECTA
alkalmazasnak van sziksége:

D.1 AP lizemmod engedélyezve
|
EIEE
DaikinAPXXXXX

Kulcs
E XYZ12345

Ez a képerny6 automatikusan kilép 10 perc
elteltével, vagy ha megnyomja a a4 vagy «x gombot
(és megerGsiti):

Biztosan kilép az AP Gizemmodbol?

Vissza

OK

[D.2] Ujrainditas: A WLAN-kazetta Ujrainditasa.

# Kod Leiras
[D.2] N/A Az atjard ujrainditasa:
= Vissza
= OK

[D.3] WPS: A WLAN-kazetta csatlakoztatdsa az Utvalasztohoz.

# Kod Leiras
[D.3] N/A WPS:
= Nem
= Igen
INFORMACIO

i @

Ez a funkcid csak akkor hasznalhatd, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazas
szoftververzidja tamogatja.

[D.4] E1tavolitds a felh6bdl: A WLAN-kazetta levélasztasa a felh6rél.

EKHWET90+1208B
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10 | Konfiguralas

# Kod Leiras
[D.4] N/A Eltavolitas a felhdbdl:
= Nem
= Igen

[D.5] Otthoni
allapotdnak leolvasasa.

haldézati kapcsolat: Az otthoni halézathoz vald kapcsoldodds

# Kéd Leiras
[D.5] N/A Otthoni hdlézati kapcsolat:
= Levalasztva a kovetkezorol
[WLAN_SSID]
= Csatlakoztatva a kovetkezbhoz
[WLAN_SSID]
[D.6] Felh6kapcsolat: A felh6hoz vald kapcsolddas allapotanak leolvasasa.
# Kaéd Leiras
[D.6] N/A Felh6kapcsolat:
= Nem csatlakozik
= Csatlakoztatva
Szerel§i referencia-Utmutaté PDAIKIN EKHWET90+1208
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10 | Konfiguralas

10.7 MenuUszerkezet: Felhasznaldi bedllitdsok attekintése

[5] Tartaly A —] 721 106idatum
Erételjes izemeltetés Ora
Kényelmi célhémérséklet Perc
Gazdaséagos célhdmérséklet Ev
Ujramelegités célhdmérséklet Hoénap
Program Nap

(**) Felfttés mod Nyari idészamitas

(**) Fertétlenités Forméatum

(**) Maximum

(**) Hiszterézis —>| [7.3] Szabadsag

(**) Célhém.mod —

(**) IF gorbe Akt|vaI?s

(**) Kilonbség Ekkgrtol:

(**) IF gorbe tipusa Eddig:
Elsébbségi program
Uzemméd —>( [7.4] Csendes

(*) Gyors méd idézitéje **)  Uzemmad

Program

[7] Felhasznaloi beallitasok (**) Szint
Nyelv (**)  Korlatozasok
Id6/datum |
Szabadsag |
Csendes ]

[8] Informéacié

Hibael6zmények

Forgalmazoéval kapcsolatos informaciok
Erzékel6k

MUkodtetd egységek

Uzemmaodok

Névjegy

Csatlakozas allapota

Uzemid6

[ [B] Felhasznaloi profil

[C] Uzemeltetés
Tartaly

(***) [D] Vezeték nélkiili atjaré

AP lizemmod engedélyezése
Ujrainditas

WPS

Eltavolitas a felhébdl

Otthoni halézati kapcsolat
Felhékapcsolat

IO Célhémérséklet képernydje
(*) Csak akkor alkalmazhato, ha a tartaly tzemmodja gyors
(**) Csak a szerel§ férhet hozza
(***) Csak akkor alkalmazhatd, ha be van szerelve WLAN

INFORMACIO

o
l A bedllitasok a kivalasztott szerelGi beallitasoktdl és az egység tipusatol fliggben
|athatok/nem lathatok.

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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10.8 MenuUszerkezet: Szerel6i bedllitasok attekintése

[9] SzerelGi beallitasok [9.4] Segédfiitéelem

Beallitas varazslo Teljesitmény

Segédfiitéelem Gyors méd idézitsje

Vésziizem : Uzemeltetés

Energiafogyasztas-vezérld ||

Automatikus ujrainditas [9.5] Vészizem

Energiatakarékos funkcié Vésziizem

Védelmek letiltasa

Helyszini beallitasok attekintése

MMI-beallitasok exportalasa [9.9] Energiafogyasztas-vezérld
Energiafogyasztas-vezérld
Tipus
Korlatozas

(*) Els6bbségi fiitéelem

(*) NEM méddosithatd

INFORMACIO

A beallitasok a kivalasztott szerel6i beallitasoktol és az egység tipusatol fuggben
lathaték/nem lathatok.

i @

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET90+1208B
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11 Belzemelés

MEGJEGYZES
Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési

utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitasokat
egésziti ki, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatd a
belzemelés és a felhaszndlonak valé dtadds soran.

INFORMACIO

Védelmi funkciok — "Szerel6 a helyszinen lizemméd". A szoftver fel van szerelve

i @

védelmi funkciokkal; ilyen példdul a tartaly fertStlenitési funkcidja. Sziikség esetén az
egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkcidkat.

A felszerelés és a javitas soran ez nem kivant mikodés. A védelmi funkciok sziikség
esetén letilthatdak:

* Az elsé bekapcsolaskor: A védelmi funkcidk alapértelmezés szerint ki vannak
kapcsolva. 36 6ra utén a rendszer automatikusan engedélyezi 6ket.

= A késGbbiekben: A szerel6 manualisan letilthatja a védelmi funkciokat a [9.G]:
Védelmek letiltasa=Igen bedllitds megadasdval. Kés6bb azonban
engedélyezheti a védelmi funkciokat a [9.G]: Védelmek letiltdsa=Nem
bedllitas megadasaval.

Lasd még: "Védelmi funkciok" [» 89].

Ebben a fejezetben

11.1 Attekintés:

11.1
11.2
11.3
11.4

AEEEKINTES: BEUZEMEIES ...t 97
Biztonsagi elGirasok a betizemeléskor 97
Ellendrzélista betizemelés elétt ....... 98
Ellendrzélista belizemelés kézben ... 98
11.4.1  MUkodtet6 prébatzem.... 99
11.4.2  Uzemeltetési probalizem 99

Belizemelés

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie és tudnia a rendszer Osszeszerelése és
konfiguralasa utani belizemeléséhez.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz8en a kdvetkezd 1épésekbdl all:

1
2
3

A "Belizemelés el6tti ellenérzélista” ellenérzése.
A rendszer probalzemének végrehajtasa.

SzUkség esetén egy probalizem végrehajtdsa egy vagy tobb mikodtets egység
esetén.

11.2 Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor

MEGJEGYZES
Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal

egyutt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

EKHWET90+1208B
R32 Split sorozat — Hasznélatimelegviz-tartaly
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MEGJEGYZES
Az egység lUzemeltetése el6tt MINDIG fejezze be a hiit6kozegesd beszerelését. Ha

NEM igy tesz, a kompresszor elromlik.

i @

INFORMACIO
Az egység els@ futtatasi periddusaban magasabb lehet a sziikséges tapellatas, mint az

egység adattablajan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 dra folyamatos Uzemelési idGtartamra van szliksége a zokkenémentes mikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

11.3 Ellen6rzélista belizemelés el6tt

Az egység izembe helyezése utan ellendrizze az aldbb felsoroltakat.

Zarja le a berendezést.

Helyezze feszUltség ald a berendezést.

Elolvasta a szerelGi referencia-utmutatdoban ismertetett teljes szerelési Utmutatast.

A beltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

A kultéri egység megfelelGen fel van szerelve.

HENERR RN

A kovetkezé helyszini huzalozas a jelen dokumentumban és a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelGen lett végrehajtva:

= A helyi tapellatasi panel és a kiltéri egység kozott
= A beltéri egység és kiltéri egység kozott
= A helyi tapellatasi panel és a beltéri egység kozott

A rendszert megfelelen foldelték, és a foldcsatlakozok meg vannak szoritva.

A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készilékek a jelen dokumentumnak
megfelel6en lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattabldjan feltintetett feszultséggel.

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek a kiltéri és beltéri egységben.

Az F2B segédfiit6elem halézati megszakitéja (nem tartozék) BE van kapcsolva.

NINCS hiit6kézeg-szivargas.

A hiit6kozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve vannak.

A megfelel§ cs6méret lett beszerelve, és a csdvek megfelelGen szigetelve vannak.

NINCS vizszivargas a beltéri egységen bell.

A zardszelepek (gaz és folyadék) a kiltéri és beltéri egységen teljesen nyitva vannak.

HERERRERREEREREEE RN N

A hasznalatimelegviz-tartaly teljesen fel van toltve.

11.4 Ellendérzélista belizemelés kozben

L]

Miikédtetd egység probalizemének végrehajtasa.

SzerelGi referencia-Utmutato
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11 | Belizemelés

(] Prébaiizem végrehajtasa.

11.4.1 MUkodtetd prébalizem

Rendeltetés

A mikodtetd egységek prébalzemével a kilonbdzd egységek mukodését
ellendrizheti. A Segédfitbelem kivalasztasakor példaul elindul a segédfiitéelem
prébalzeme.

M(ikodteto egység probailizemének végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden m(kodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés menibe, és kapcsolja ki a Tartaly mveletet.

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Installer értékre. Lasd: —
"A felhasznaldi jogosultsagi szint modositasa" [ 53].

2 |Lépjen az [A.2] pontra: Belizemelés > Mikodtetd QO
probalizem.
Vdlassza ki a Segédfitdelem lehetbséget. Q-0
4 |Vdlassza az OK gombot a megerésitéshez. @O

Eredmény: A m(kodtetd egység probalizeme elindul.
Automatikusan ledll, ha elkészult (+30 perc).

A prébatizem manudlis ledllitasa: —

1 |Lépjen a menl Prébalizem ledllitdsa pontjdra. @O

2 | Vélassza az OK gombot a meger@sitéshez. @O

Lehetséges miikodtet6egység-probailizemek

= Segédf(itéelem-proba

11.4.2 Uzemeltetési prébatizem

Rendeltetés

Az egység megfelel6 miikodésének ellenérzése érdekében  végezzen
probalzemeket az egységen, és fellgyelje a tartdly hémérsékletét. A kovetkezd
probatzemet kell elvégezni:

= Tartaly
Uzemeltetési probaiizem végrehajtasa

Feltételek: Ugyeljen arra, hogy minden mikodés le legyen tiltva. Lépjen a [C]:
Uzemeltetés meniibe, és kapcsolja ki a Tartaly mveletet.

A tartalyhémérsékletek megfigyelése

A prébailizem soran az egység megfelel§ mikodése a tartaly (hasznalati meleg viz
Uzemmod) hémérsékletének megfigyelésével ellenérizhetd.

A hémérsékletek megfigyelése:

1 Lépjen a meni Erzékeldk pontjara. @::-0
2 |Valassza a h6mérsékletadatokat. QO

1 | Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szereld értékre. Lasd: —
"A felhasznaldi jogosultsagi szint médositasa" [» 53].

EKHWET90+120B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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11 | Belizemelés

2 |Lépjen az [A.1] pontra: Belizemelés > Uzemeltetési QO
probalizem.

3 |Valassza ki a Tartaly elemet. QO

4 |Vilassza az OK gombot a megerdsitéshez. @O

Eredmény: A probaltzem elindul. Automatikusan leall, ha
elkészilt (30 perc).

A prébatzem manualis ledllitdsa: —

1 |Lépjen a menl Prébalizem leallitdsa pontjara. 1Qs-O
2 | Vélassza az OK gombot a megerdsitéshez. @s-O
INFORMACIO

i @

Ha a kiltéri h6mérséklet az izemelési tartomanyon kivil esik, az egység esetleg NEM
mikodik, és NEM képes a vart kapacitast szolgaltatni.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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12 Atadas a felhasznaldnak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gy6z&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Toltse ki a szerel6i bedllitasok tablazatot (az Uzemeltetési kézikonyvben) a
tényleges beallitadsokkal.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacid megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyarazza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en (zemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merl fel.

= Mutassa meg a felhaszndlonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

= Magyardzza el a felhasznadlonak az Uzemeltetési kézikonyvben leirt
energiatakarékossagi tippeket.

EKHWET90+1208B
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13 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
Altalanos karbantartési/vizsgalati ellendrzdlista. Az ebben a fejezetben szerepld

karbantartasi utasitasok mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista is
elérhet6 a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek a haszndlata hitelesitést
igényel).

Az dltalanos karbantartési/vizsgélati ellenérzélista az ebben a fejezetben szerepld
utasitasok kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartds soran.

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okoz6 gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékli tonnaban: h(itékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

13.1  Biztonsagi Ovintézkedések a karbantartdsra VONAtKOZOAN .........cciiiiiiiiieiee e 102
13,2 EVES KATDANTAITAS .oo.vvooieeiiciiieee et 102
13.2.1  Beltéri egység éves karbantartasa: AtteKINTES. ........ccooieiiiiiiiiiieee e 102
13.2.2  Beltéri egység éves karbantartdsa: ULASITASOK ......ooviiiiiieiiiicci s 103
13.3 A hasznalatimelegViz-tartaly IEEIESZEESE ......c.oouiiiieiii ettt ettt ettt 104

13.1 Biztonsagi 6vintézkedések a karbantartasra vonatkozéan

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

@ MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

13.2 Eves karbantartas

13.2.1 Beltéri egység éves karbantartasa: attekintés

= A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsokkentd szelepe
= Kapcsolddoboz
= A hasznalatimelegviz-tartdly segédflit&eleme

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN EKHWET9S0+120B
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= Andd

13.2.2 Beltéri egység éves karbantartdsa: utasitasok

A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsékkent6 szelepe (nem tartozék)

Nyissa ki a szelepet.

VIGYAZAT
Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyod viz esetenként nagyon forro.

= Ellendrizze, hogy nem akaddlyozza-e valami a viz Utjat a szelepben vagy a koztes
csovekben. A nyomascsokkentd szelepbdl jové vizaramlasnak kelléen erésnek kell
lennie.

= Ellen6rizze, hogy a nyomdscsokkentd szelepbdl kifolyd viz tiszta-e. Has
tormeléket vagy szennyez&dést tartalmaz:

- Nyissa ki a szelepet, amig a kidramlo viz nem tartalmaz tobbé tormeléket vagy
szennyez8dést.

- Oblitse &t és tisztitsa meg az egész tartdlyt, beleértve a nyomdscsokkentd
szelep és a hidegviz-bemenet kdzotti csoveket.

Ugy gy6z8dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az ellenérzést a
tartaly felf(tési ciklusa utan hajtja végre.

INFORMACIO

[ ]
l Erre a karbantartasra évente tobbszor is ajanlott sort keriteni.

Kapcsolédoboz
= Vizsgalja at alaposan a kapcsoldédobozt, és keressen lathatd hibakat, példaul
meglazult csatlakozasokat vagy sériilt kabeleket.

= Egy ohmmérdével ellenérizze, hogy jél mikodik-e a K3M védérelé. Ha az
aramellatdas Kl van kapcsolva, a véd&relé minden érintkezésének nyitott
helyzetben kell lennie.

FIGYELEM
Ha a bels6 huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell

bizni a cseréjét.

A hasznalatimelegviz-tartaly segédfiiteleme

Ajanlatos rendszeresen megtisztitani a segédf(itéelemet a vizk6tél, kilondsen a
kemény viz( terlleteken, mert igy meghosszabbithatd az élettartama. Ehhez
engedje le a hasznalatimelegviz-tartalyt, szerelje ki bel6le a segédfiitéelemet, és
meritse vizk&oldo oldattal toltott vodorbe (vagy hasonldba) 24 éréra.

MEGJEGYZES
A segédfitéelem tomitését minden ellenérzés utan cserélni kell. Huzza meg a

segédflitéelem csavarjait 10 Nem nyomatékkal.

Anodd

A magnézium andd épségének ellenbrzéséhez engedje le a hasznalatimelegviz-
tartalyt, szerelje ki bel6le a segédflitéelemet, és vizsgdlja meg az anddot. Ha az
anod fellletének tobb mint 2/3-a korrodalodott, cserélje ki.
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13 | Karbantartds és szerelés

MEGJEGYZES
A segédflitéelem tomitését minden ellenérzés utan cserélni kell. Huzza meg a

segédflitéelem csavarjait 10 Nem nyomatékkal.

13.3 A hasznalatimelegviz-tartaly leeresztése

C VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A viz a tartdlyban nagyon forro lehet.

El6feltétel: Allitsa le az egység miikodését a felhasznaldi feliilet hasznalataval.
El6feltétel: Kapcsolja Kl a megfelel§ aramkori megszakitot.

El6feltétel: Zarja el a hidegviz-ellatoszelepet.

El6feltétel: Nyissa meg az 6sszes melegviz-ledgazdpontot, hogy levegd juthasson a
rendszerbe.

1 Tavolitsa el a viz bemeneti csatlakozasat, a viz ekkor kifolyik a tartalybol.

v
a

A
b
a HMV -—meleg viz KIMENETE (csavarkotés, %")
b HMV —hideg viz BEMENETE (csavarkotés, %")

SzerelGi referencia-Utmutato
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14 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

14.1  Attekintés: HibaelhAritas ........c..coovvvvvrvoeeienseeeieeee e

14.2  Biztonsagi elSirasok hibaelharitas esetén
14.3  Problémadk megolddsa tiinetek alapjan

14.3.1  Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant hémérsékletet
14.3.2  Tunet: A ledgazépontban a nyomas dtmenetileg szokatlanul magas.
14.3.3  Tunet: A tartaly-fert6tlenitési funkcid NEM fejez6dott be megfelelGen (AH-hiba)

14.4  Hibaelharitas a hibakddok alapjan
14.4.1  Sugodszoveg megjelenitése hibas miikodés esetén
14.4.2  Hibakédok: Attekintés

14.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

A kovetkez6krél tartalmaz informaciokat:
= Problémak megolddsa tiinetek alapjan
= Problémak megolddsa hibakddok alapjan

Hibaelharitas elott

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult

csatlakozédsokat vagy sérult kdbeleket.

14.2 Biztonsagi el8irasok hibaelharitas esetén

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az

egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivaléddott a biztonsagi eszkoz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazaéval.

csatlakoztathatd olyan aramkorhoz,
KIKAPCSOL.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoldeszkozzel, példaul idézitével, és nem

amelyet a kozm( rendszeresen BE- és

EKHWET90+120B P DAIKIN
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14.3 Problémak megoldasa tinetek alapjan

14.3.1 Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant hémérsékletet

Lehetséges okok

Teend6

Meghibdsodott az egyik
tartalyhémeérséklet-érzékeld.

A tovabbi teend6krél az egység
karbantartdsi kézikonyvébdl
tajékozddhat.

14.3.2 Tunet: A ledgazopontban a nyomas atmenetileg szokatlanul magas

Lehetséges okok

Teendd

Meghibasodott vagy eldugult
nyomascsokkentd szelep.

= Oblitse at és tisztitsa meg az egész
tartalyt, beleértve a nyomascsdkkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kozotti
csOveket.

= Cserélje ki a nyomascsokkentd
szelepet.

14.3.3 Tunet: A tartaly-fertétlenitési funkcio NEM fejez6dott be megfelelen (AH-hiba)

Lehetséges okok

Teend6

A fert6tlenités funkciot megszakitotta a
hasznalati meleg viz haszndlata

A fert&tlenités funkciot ugy
programozza be, hogy az induldsatdl
szamitott 4 éran belll varhatéan NE
torténjen melegvizhasznalat.

A haszndlati melegviz nagyobb mérték
hasznalata nem sokkal a fert6tlenités
funkcié beprogramozott induldsa el8tt
fejez6dott be

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfités
mod pontban a Csak ujramelegités
vagy a Program + Ujramelegités
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités
funkcié kezdetét legalabb 4 éraval
késébbre allitani az utolsé nagyobb
melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt
az inditast a szereldi beallitasoknal
allithatja be (fert6tlenités funkcio).

Amikor az [5.6] Tartaly > Felfiités
mod pontban a Csak programvan
kivalasztva, ajanlott az Gazdasagos
mdvelet beprogramozasa 3 éraval a
fert6tlenités funkcio induldsa el6ttre,
hogy el6re felmelegitse a tartalyt.

A fert6tlenitési Gzem manualisan le lett
allitva: a [C.3] Uzemeltetés >
Tartaly ki lett kapcsolva a
fertétlenités soran.

NE allitsa le a tartaly mikodését a
fert6tlenités soran.

14.4 Hibaelharitas a hibakodok alapjan

Ha az egységen hiba jelentkezik, a kezel6fellleten hibakdd jelenik meg. Fontos,
hogy a hibakdd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat és megfeleld
intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel§ vagy a helyi forgalmazo

végezheti el.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Ez a fejezet a kezel6fellleten lehetségesen megjelend hibakddok tobbségével,
valamint azok leirdsaval kapcsolatban nyujt attekintést.

INFORMACIO

[ ]
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibdas mikodés esetén

Hibds mikodés esetén a sulyossagtdl flggben a kovetkezd fog megjelenni a

kezddéképernydn:
= L3: Hiba

WA Meghibdsodas

A kovetkez6képpen jelenithet meg egy rovid és egy hosszu leirdst a hibardl:

1 | Nyomja be a bal oldali tekerékapcsoldt a fémen QO
megnyitasahoz, és lépjen a Meghibdasodas elemre.

Eredmény: A képerny6n megjelenik a hiba rovid lefrdsa és a
hibakéd.

2 |Nyomja meg a ? gombot a hibaképernydn. ?

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba hosszu leirasa.

FIGYELEM
F3-00 esetén ht6kozeg-szivargas kovetkezhet be. Forduljon a szerel6hoz.

14.4.2 Hibakddok: Attekintés

Az egység hibakddjai

Hibakod Leiras

89-01 fj} A hGcseréld fagyas elleni védelme aktivaloddott
leolvasztas kozben (hiba)

89-02 {) |A hécseréls fagyads elleni védelme aktivalédott
flités/HMV-mikodtetés kozben. (figyelmeztetés)

89-03 f) |A hécseréls fagyas elleni védelme aktivalédott
leolvasztds kozben (figyelmeztetés)

A1-00 £o) |Nullatmenet-észlelési hiba

A5-00 4{) Kiltéri egység: Magasnyomds elleni védelem /
fagyvédelmi hiba

AH-00 ]T) A tartaly fert6tlenitési funkcidja nem
fejezo6dott be megfelelden

AJ-03 fj} Tul hosszu a hasznalati meleg viz szikséges
felflitési ideje

C4-00 {J) |HGcseréls hémérséklet-érzékeldjének hibaja

C5-00 4 ) |A hécseréls homérséklet-érzékeldje rendellenes
értéket észlel

E1-00 4 [Kiiltéri egység: PCB (NYAK) hiba

EKHWET90+120B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Hibakéd Leiras

E3-00 £ [Kiiltéri egység: A magasnyomdas-kapcsolé (MNYK)
aktivalddott

E3-24 {tj Magasnyomds-érzékel6é rendellenessége

E5-00 {rj Kiltéri egység: Az inverter kompresszor
motorja tulmelegedett

E6-00 {tj Kiltéri egység: Kompresszorinditasi hiba

E7-00 {tj Kiltéri egység: A kiultéri egység
ventilatordanak motorja meghibasodott

E8-00 {Tj Kiiltéri egység: Aramforras-bemeneti
tulfesziltség

EA-00 £ [Kiiltéri egység: Hiités/fiités atkapcsoléjanak
hibaja

EC-00 {3 |A tartaly hémérséklete rendellenesen
megemelkedik

F3-00 {tj Kiltéri egység: Kompresszor nyoméoldal csd
hémérsékleti hibaja

F6-00 {tj Kiltéri egység: Rendellenesen nagy nyomas hitd
moédban

F8-00 « ) |Kompresszor belsd hibaja

HO-00 qij Kiiltéri egység: Fesziiltség/aramérzékeld hibaja

H3-00 q{j Kiltéri egység: Magasnyomds-kapcsold (MNYK)
hibaja

H6-00 L) |Kiiltéri egység: A poziciéészlels érzékeld
hibaja

H8-00 {Tj Kiltéri egység: A kompresszorbemeneti (KB)
rendszer hibaja

H9-00 4{) Kiltéri egység: A kiultéri léghbmérséklet-
érzékel6 hibaja

HC-00 ]Ej Tartalyhémérséklet-érzékeld hibaja

J3-00 qij Kiltéri egység: Az elvezetScs6é nyomdoldali
homérséklet-érzékel6jének hibaja

J3-10 4ij A kompresszornyilas homérséklet-érzékeldjének
rendellenessége

J6-00 £ [Kiiltéri egység: A hScseréls homérséklet-
érzékel6éjének hibaja

16-07 4?) Kiltéri egység: A hdcserélsé hémérséklet-
érzékel6jének hibaja

16-32 qij A kilép6 viz hémérséklet-érzékelsje
rendellenes értéket észlel (kiiltéri egység)

18-00 qij A hit6kozeg-folyadék hémérséklet-érzékeldjének
meghibdsodasa

J9-00 {Tj HitOkozeggaz homérséklet-érzékeldjének hibaja

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hibakod

Leiras

JA-00

Kiltéri egység: Magasnyomas-érzékel6 hibaja

L1-00

Inverter jel panel meghibdsodasa

L3-00

S5

Kiltéri egység: HOmérséklet-emelkedési hiba az
elektromos dobozban

L4-00

>

Kiltéri egység: Hiba az inverter
hiitébordajanak hémérséklet-emelkedésében

L5-00

>

Kiltéri egység: Pillanatnyi tularam az
inverterben (egyenaram)

L8-00

>

Az inverter jel panel hévédelme altal
kivaltott hiba

P1-00

Faziskimaradas, villamos tapellatasi anomaliak

P4-00

A

Kiltéri egység: A hitéborda homérséklet-
érzékel6jének hibaja

PJ-00

A teljesitménybeallitas nem egyezik

U0-00

Kiltéri egység: Kevés a hilit6kozeg

U2-00

S5

Kiltéri egység: Hiba a tapellatas
fesziiltségében

U4-00

Beltéri/kultéri egységek kommunikacids hibdaja

U5-00

Felhaszndaldi felulet kommunikacidés hibaja

U6-38

Kommunikacidés hiba a kiegészit6 jel panel és a
hydrobox kozott

U7-00

AREDAIOAID

Kiiltéri egység: Atviteli hiba a f6 CPU és az
INV CPU kozott

Ug-04

Ismeretlen USB-eszkoz

U8-05

Fajlhiba

ug-07

P1P2 kommunikacidés hiba

U8-09

{version_MMI_software} MMI szoftververzid /
[version_IU modelname] beltéri egység
kompatibilitasi hibaja

Uus-11

Vezeték nélkili atjarodval vald kapcsolat
megszakadt

UA-00

Beltéri és kultéri egység parositasanak hibaja

UA-17

Probléma a tartalytipussal

UF-00

RO OO DA O

Forditott csbvezetékezés vagy rossz
kommunikaciods kabelezés észlelése.

UH-00

>

Beltéri egységgel kapcsolatos hiba vagy fagyas
mas beltéri egységekben

i @

INFORMACIO

F3-00 hibakod esetén hiit6kozeg-szivargas kovetkezhet be.
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INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fert6tlenités funkcid nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkez6ket ajanlott tennie:

i @

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmod
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerel&i bedllitasoknal allithatja be (fertStlenités funkcid).

= Amikor a Csak program tzemmadd van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mlveletet 3 draval a fert6tlenités funkcié induldsa elSttre, hogy
el6re felmelegitse a tartalyt.

INFORMACIO

Az AJ-03 hiba automatikusan visszaall, amint normalis a tartalymelegités.

i @

INFORMACIO

Amennyiben U8-04 hiba adddna, a hiba visszaallithatd a szoftver sikeres frissitése
utan. Ha a szoftvert nem sikerdl frissiteni, bizonyosodjon meg réla, hogy USB-eszkoze
tdmogatja a FAT32 formatumot.

i @

INFORMACIO

Ha a segédf(itGelem tulmelegszik, és a rendszer a termosztatikus biztonsag miatt
lekapcsolja, az egység nem ad kozvetlen hibajelzést. Ha az aldbbi hibdk kozil
tapasztal egyet vagy tobbet, ellendrizze, hogy a segédflitéelem még mikodik-e:

i @

= Az erGteljes Uzemeltetés nagyon lassan melegszik be, és megjelenik az AJ-03
hibakad.

= A legionella elleni mikodés alatt (hetente) megjelenik az AH-00 hibakod, mert az
egység nem képes elérni a tartaly fertStlenitéséhez sziikséges kért hémérsékletet.

INFORMACIO

A hibas segédfiitéelem hatdssal van az energiamérésre és az energiafogyasztas-
vezérldre.

INFORMACIO
A felhaszndloi felllet jelzi, hogyan lehet a hibakédokat visszaallitani.

i @
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15 Mszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhet§ a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényld)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

15.1  CSOVEK Q221 BEITEIT @YSEE ...nveiiieiietieeteeee ettt ettt ettt et es st s ettt es ettt ese s 112
15,2 KEDEIEZES 12 DEITEIT EBYSEG . eiviiiriiiiiieie ettt 113
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15.1 Csovek rajza: Beltéri egység

: 4——- '

| ”

| |

i \‘_‘/

| ——

I \-J 7= I

I Q I

| — |

i c R5T i

= |

1 l 1

I_LI 3D138207
a1l ‘ ? a2
al Hasznalati meleg viz — meleg viz kimenet Hémérséklet-érzékel6k:
a2 Hasznalati meleg viz — hideg viz bemenet R3T HOmérséklet-érzékels hécserélbje — Folyadékesd
bl Folyadékelzard-szelep R5T Tartalytermisztor
b2 Gazelzaro szelep
¢ Segédftitéelem
d Nyomascsokkentd szelep és hGmérséklet-
csokkent6 szelep
(csak az Egyesult Kiralysagban)
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15.2 Kabelezési rajz: beltéri egység

Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a beltéri egység kapcsolddoboza fedelének belsején). A
haszndlt roviditések az aldbbiak.

Jeldlés

A1P F6 PCB

F2B # | Tuldram-biztositék a segédflitéelemhez
FU1 (A1P) Biztositék (5 A, 250 V PCB-hez)

K3M Segédfiitéelem védérelé

Q1Dl # | Foldzarlatvédelmi daramkor-megszakito

TR1 Tapfesziltség-atalakitod

X4M # | A segédfiitéelem tapellatdsa kapocslécének kliense
X8M A segédflitbelem tapelldtasanak kapocsléce
X*, X*A, X*B Csatlakozdé

X*M Kapocsléc

*  Opcionalis
# Nem tartozék

A huzalozasi rajzon lévé szoveg forditasa

Angol Forditds

(1) Connection diagram (1) Connection diagram

Compressor switch box A kompresszor kapcsolédoboza

Multi+DHW Tank switch box Multi hasznalatimelegviz-tartaly
kapcsolddoboza

Indoor Beltéri

Outdoor Kaltéri

SWB Kapcsolddoboz

(2) Legend (2) Jelmagyarazat

A1P F6 PCB

F2B Tuldram-biztositék a segédflitéelemhez

FU1 (A1P) biztositék (5 A, 250 V PCB-hez)

K3M Segédflit6elem véddrelé

Q1Dl Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakitd

TR1 Tapfesziltség-atalakito

X4M A segédflitéelem tapellatasa
kapocslécének kliense

X8M A segédfiitGelem tapellatdsanak
kapocsléce

X*, X*A, X*B Csatlakozdé

P DAIKIN e
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Elektromos kapcsolasi rajz

X*M Kapocsléc

(3) Notes (3) Megjegyzések

X2M Helyszini huzalozasi kivezetés AC
csatlakozdsokhoz

X4M A segédf(itéelem tapellatasa
kapocslécének kliense

X5M Helyszini huzalozasi kivezetés AC-
csatlakozdsokhoz (kultéri)

X8M A segédflitéelem tapellatdsanak

kapocsléce

Foldel6vezeték

Nem tartozék

Opcid

Nincs felszerelve a kapcsolédobozban

Lo ] A huzalozds a modelltél figg
L1 PCB

Note 1: Connection point of the power
supply for the BSH should be foreseen
outside the unit

1. megjegyzés: A segédflitéelem
tapelldtasdnak csatlakozasi pontjat
el6re ki kell alakitani az egységen kivil.

(4) Switch box layout

(4) Kapcsolédoboz elrendezése

SWB

Kapcsolédoboz

Tovabbi részletekért ellendrizze az egység huzalozasat.

SZABVANYOS ALKATRESZ
o zes e b
Tépellatas ! KULTERI EGYSEG :

L N T e e 1
|® Csak normal tapellatasrdl izemel6 egység esetén ) : :
| egység tapellatasa: 230 V + fold 3 mag i . !
! L T X1M: L-N-fold |
CSICICICCICIDICICICIICICIICICIIZIZIo |
|@ Csak kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dramrdl lizemelG egység esetén s : :
| egyséq kedvezményes kWh-dijszabas elektromos 3ma o |
: aramellatasa: 230 V + foldelés -:-:g- : : ) :
___________________________________ . X5M: 1-2-3-f6ld |
I I
I I
I I
I |
: 4 mag :
I |
I I
I ; . I
: BELTERI EGYSEG |
i X2M: 1-2-3-fold I
I I
a segédfiitdelem tapellatasa (1,2 kW): : |
230 V + foldelés 1 |
X8M: L-N + fold |
(F2B) ! !
I I
I I
I |
R |
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16 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.

EKHWET90+1208B
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Helyszini beallitasok tablazata

Alkalmazhaté egységek

EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3

Megjegyzések

(*1) EKHWET90+120
(*2) EKHWETU120
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott

szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezo6kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
Alapértelmezett érték

[6-0A] Kényelmi célhnémérséklet 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
5.3 [6-0B] Gazdasagos célhémérséklet R/W ggfgerc(so, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
54 [6-0C] Ujramelegités célhdmérséklet R/W gg};ero(SO, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
5.6 [6-0D] Felfiités mod R/W gzsgiak tjrameleg.

1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

Fertétlenités
571 [2-01] Aktivalas R/W 0: Nem

1: Igen

572 [2-00] MUkodés napja R/W 0: Minden nap
1: Hétfé

2: Kedd

3: Szerda

4: Csiitortok
5: Péntek

6: Szombat

7: Vasarnap

573 [2-02] Elindulas ideje R/W 0~23 o¢ra, fokozat éra1
1
574 [2-03] Tartaly célnémérséklete R/W 55-max(55, 6-0E)~75°C, fokozat: 1°C (*1)
55-max(55, 6-0E)~70°C, fokozat: 1°C (*2)
70°C

575 [2-04] Id6tartam R/W 5~60 perc, fokozat: 5 perc

10 perc

Tartaly
5.8 [6-0E] Maximum RIW 40~75°C, fokozat: 1°C (*1)
40~70°C, fokozat: 1°C (*2)
75°C (*1)

70°C (*2)

59 [6-00] Hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C

6°C

5.A [6-08] Hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C

5B Célhém.mad RW 0: Absz

1: Id&jarasfiiggd

L |F gorbe

5.C [0-0B] Vizhémérséklet-érték bedllitasa, magas kornyezeti hémeérséklet, HMV IF gorbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
43°C

5.C [0-0C] Vizhémérséklet-érték beallitasa, alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. |R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
50°C

5.C [0-0D] Magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
25°C

5.C [0-0E] Alacsony kornyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-15°C

5.D [6-01] Kiilénbség R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C

5.F [A-00] Els6bbségi program R/W 0: HMV
1: Légkondicionalas

5.G [A-01] Uzemmad R/W 0: Hatékony
1: Gyors

5.H [8-03] Gyors lizemmod idézitéje R/W Turbé: 10 perc

Normal: 20 min
Gazdasagos: 30 perc
Felhasznaloi beallitasok

Csendes
741 Maod R/W 0: KI
1: Manualis
2: Automatikus
743 Szint RW 0: Csendes

1: Csendesebb
2: Legcsendesebb

ok
litds varazslo
Rendszer
9.1.33 [E-05] Hasznalati meleg viz R/O Beépitett
[E-06]
[E-07]
9.1.34 [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus
9.1.3.7 [6-02] HMV segédfiité kapacitasa R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
1,2kW

L Tartaly
9.1.B.1 [6-0D] Felfiités mod R/W 0: Csak Gjrameleg.
1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

9.1.B.2 [6-0A] Kényelmi célhémérséklet R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
50°C

9.1.B.3 [6-0B] Gazdasagos célhémérséklet RW 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

9.1.B4 [6-0C] Ujramelegités célhémérséklet R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

9.1.B.6 [6-08] Ujramelegitési hiszterézis R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C

L HMV segédfiitselem

941 [6-02] Teljesitmény R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
1,2kW

943 [8-03] Gyors lzemmod idézitéje R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
20 min

944 [4-03] Uzemeltetés R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés

3: Kompresszor ki

L Vésziizem

[4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus

L Energiafogyasztas-vezérlé

9.5.1

(*1) EKHWET90+120
4P688157-1D - 2024.07 (*2) EKHWETU120
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezo6kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
9.91 [4-08] Energiafogyasztas-vezérld R/W 0: Nincs korl.
1: Folyamatos
9.9.2 [4-09] Tipus R/W 0: Jelenlegi
1: Teljesitmény
993 [5-05] Korlatozas R/W 12~50 A, fokozat: 1 A
12A
9.9.8 [5-09] Korlatozas R/W 3~20 kW, fokozat: 0,5 kW
3 kW
9.9.D [4-01] Els6bbségi flitéelem R/O 0: Nincs
1: HMV SEGEDFUTO
2: Kieg. flitéelem
Erzékelsk
9.B.3 [1-0A] Atlagolasi id6 R/W 0: Nincs atlagolas
1:12 6ra
2:24 ¢ra
3:48 ¢ra
4:72 éra
Szerel6i beallitasok
[3-00] Automatikus Ujrainditas R/W 0: Nem
1: lgen
9.F [E-08] Energiatakarékos funkcid R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.G Védelmek letiltasa RW 0: Nem
1: lgen
L Helyszini beallitasok attekintése
9l [0-0B] Vizhémérséklet-érték beallitdsa, magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
43°C
9.1 [0-0C] Vizhémérséklet-érték beallitasa, alacsony kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. |R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
50°C
9l [0-0D] Magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
25°C
9l [0-0E] Alacsony kornyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-15°C
9.l [1-0A] Mennyi a kiiltéri hémérséklet atlagolasi ideje? R/W 0: Nincs atlagolas
1:12 6ra
2:24 ¢ra
3:48 ¢ra
4:72 éra
al [2-00] Mikor kivanja végrehaijtani a fertétlenités funkciot? R/W 0: Minden nap
1: Hétfé
2: Kedd
3: Szerda
4: Csiitortok
5: Péntek
6: Szombat
7: Vasarnap
] [2-01] Kivanja végrehajtani a fert6tlenités funkciot? R/W 0: Nem
1: Ilgen
9. [2-02] Mikor kivanja elinditani a fert6tlenités funkciot? R/W 0~23 ¢ra, fokozat érat
1
9.l [2-03] Mekkora a fert6tlenitési célhémérséklet? R/W 55~max(55, 6-0E), fokozat: 1°C
70°C
9. [2-04] Mennyi ideig legyen fenntartva a tartalyhémérséklet? R/W 5~60 perc, fokozat: 5 perc
10 perc
9l [3-00] Engedélyezett a berendezés automatikus Gjraindulédsa? R/W 0: Nem
1: Igen
9. [4-01] Melyik elektromos fiitéelem kapjon elsébbséget? R/O 0: Nincs
1: HMV SEGEDFUTO
2: Kieg. fitéelem
9l [4-03] Segédfitéelem miikodési jogosultsaga. R/W 0: Korlatozott
1: Engedélyezett
2: Atfedés
3: Kompresszor ki
9.l [4-06] Vésziizem R/W 0: Manualis
1: Automatikus
9l [4-08] Mely aramforras-korlat. méd sziikséges a rendszerben? R/W 0: Nincs korl.
1: Folyamatos
] [4-09] Mely. aramforras-korlat. tipus szikséges? R/W 0: Jelenlegi
1: Teljesitmény
9.l [5-05] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 12~50 A, fokozat: 1 A
12A
9l [5-09] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 3~20 kW, fokozat: 0,5 kW
3kwW
9.l [6-00] A hészivattyu BE hémérsékletét meghatarozo hémeérséklet-kilonbseg. R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
6°C
9l [6-01] A hészivattyd KI hémérsékletét meghatarozé hémérséklet-kiilénbség. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C
9l [6-02] Mekkora a teljesitménye a HMV segédfiitéelemnek? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
1,2kW
9. [6-08] Milyen hiszterézist hasznal az Ujramelegités lizemmaodhoz? R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C
9l [6-0A] Mekkora a kivant kényelmi betarolasi hémérséklet? R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
50°C
9l [6-0B] Mekkora a kivant gazdasagos betarolasi hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Mekkora a kivant Gjramelegitési h6mérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
9l [6-0D] Mi a kivant célhémérséklet méd a hasznalati melegvizre? R/W 0: Csak Ujrameleg.
1: Ujramelegit+prg
2: Csak program
9l [6-0E] Mi a maximum HMV-célhémérséklet? R/W 40~75°C, fokozat: 1°C (*1)
40~70°C, fokozat: 1°C (*2)
75°C (*1)
70°C (*2)
9l [7-00] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének tullépési hémérséklete. R/W 0~4°C, fokozat: 1°C
0°C
9.l [7-01] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének hiszterézise. R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
2°C
9l [8-03] HMV segédfiitéelem késleltetési idézitéje (vagy Gyors lizemmaéd id6zitsje) R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
20 min

(*1) EKHWET90+120
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezo6kod Beallitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
9l [A-00] Melyik beltéri egység élvez prioritast a kiiltéri egység esetében? R/W 0: HMV
1: Légkondicionalas
9.1 [A-01] Melyik Gzemmodot hasznalja a rendszer a hasznalati meleg viz el6allitasahoz? R/W 0: Hatékony
1: Gyors
9.l [A-02] - 1
9.l [A-03] - 0
9. [A-04] - 0
9.l [B-00] - 0
9.l [B-01] - 0
9.l [B-02] - 0
9.1 [B-03] - 0
9.l [B-04] . 0
9l [E-00] Milyen tipusu egység van beszerelve? R/O 0~5
4: DHWHP
9. [E-01] Milyen tipust kompresszor van beszerelve? R/O 0
9. [E-02] Mi a beltéri egység szoftverének tipusa? R/O 1: Csak fiités
9l [E-04] Az energiatakarékosséag funkcié elérhet6 a kiiltéri egységen? R/O 0: Nem
1: lgen
9l [E-05] Képes a rendszer hasznalati melegvizet késziteni? R/W 0: Nem
1: lgen
9l [E-06] Van HMV-tartély beszerelve a rendszerbe? R/O 0: Nem
1: lgen
9l [E-07] Milyen tipust HMV-tartaly van beszerelve? R/O 0~8
0: EKHW, kis mennyiség
1: Beépitett
2: Tartaly segédfiitéelemmel
3: EKHW, nagy mennyiség
5: EKHWP
7: kuls6 gyartotol szarmazé tartaly, kis
meéretl spiral
8: kiilsé gyartotol szarmazé tartaly, nagy
méretl spiral
9.l [E-08] A kiiltéri egység energiatakarékos funkcija. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
9.l [F-0A] - 0

(*1) EKHWET90+120
4P688157-1D - 2024.07 (*2) EKHWETU120
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