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Typ Model Název výrobku  40 50 52 68 80 90 100   4HP 125   5HP 150    6HP

Chlazení 
vzduchem

Tepelné čerpadlo 
Multi

3MXS-E A++/A+ (1)

4MXS-E A++/A+ (2)

5MXS-E A++/A+ (3)

2MXS-H A++/A+ (4) A++/A+ (5)

3MXS-K A++/A+ (6)

3MXS-G A/A+ (7)

4MXS-F A+/A+ (8)

RXYSQ-P8V1 
VRV III-S

Multi aplikace

Párové / multi aplikace

Venkovní jednotky 

Vnitřní jednotky 

Poznámka:  (1) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B  (2) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, 
FTXS35K2V1B  (3) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B  (4) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: FTXS20K2V1B, 
FTXS20K2V1B  (5) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B  (6) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B  (7) celoroční hodnota pro kombinaci 
s následujícími vnitřními jednotkami: CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B  (8) celoroční hodnota pro kombinaci s následujícími vnitřními jednotkami: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B. Celoroční údaje pro kombinaci s jinými 
vnitřními jednotkami naleznete na webových stránkách www.daikineurope.com/energy/label

Poznámka:  1) Tyto vnitřní jednotky lze používat pouze v párových aplikacích

Typ Model Název výrobku  
RXR-E RXG-K RXS-K RXS-F RX-JV RX-GV RXLG-K RXL-K RXL-J

15 25 28 42 50 25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 20 25 35 42 50

Nástěnná 
jednotka

Ururu Sarara FTXR-E (1) B/A++ A/A+ A/A+

Daikin Emura FTXG-JA/W A++/A+ A++/A+ A / A A++/A+ A++/A+ A / A

Nástěnná jednotka CTXS-K pouze Multi pouze Multi

Nástěnná jednotka FTXS-K A+/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A+/A++ A++/A+

Nástěnná jednotka FTXS-J A++/A++ A / A A / A

Nástěnná jednotka FTXS-G A / A A / A

Nástěnná jednotka FTX-JV A+/A++ A+/A+ A+/A+

Nástěnná jednotka FTX-GV (1) A+/A+ A / A B / A

Kazetová 
jednotka 

pro stropní 
montáž

Jednotka do 
podhledu - nízká

FDXS-F B/A+ B / A A / A A / A B/A+ B / A A / A

Jednotka do 
podhledu

FDBQ-B pouze Multi

Parapetní 
jednotky

Parapetní jednotka 
Nexura se sálavým 

panelem
FVXG-K A++/A+ A++/A A/A+ A++/A+ A++/A A/A+

Parapetní jednotka FVXS-F B/A+ B / A A / A B/A+ B / A A / A

Jednotka typu 
Flexi

Jednotka typu Flexi FLXS-B C/A C/A B / A pouze Multi

včetně energetických štítků (SEER/SCOP, průměrné klima)
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Typ Model Název výrobku  
RXR-E RXG-K RXS-K RXS-F RX-JV RX-GV RXLG-K RXL-K RXL-J

15 25 28 42 50 25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 20 25 35 42 50

Nástěnná 
jednotka

Ururu Sarara FTXR-E (1) B/A++ A/A+ A/A+

Daikin Emura FTXG-JA/W A++/A+ A++/A+ A / A A++/A+ A++/A+ A / A

Nástěnná jednotka CTXS-K pouze Multi pouze Multi

Nástěnná jednotka FTXS-K A+/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A+/A++ A++/A+

Nástěnná jednotka FTXS-J A++/A++ A / A A / A

Nástěnná jednotka FTXS-G A / A A / A

Nástěnná jednotka FTX-JV A+/A++ A+/A+ A+/A+

Nástěnná jednotka FTX-GV (1) A+/A+ A / A B / A

Kazetová 
jednotka 

pro stropní 
montáž

Jednotka do 
podhledu - nízká

FDXS-F B/A+ B / A A / A A / A B/A+ B / A A / A

Jednotka do 
podhledu

FDBQ-B pouze Multi

Parapetní 
jednotky

Parapetní jednotka 
Nexura se sálavým 

panelem
FVXG-K A++/A+ A++/A A/A+ A++/A+ A++/A A/A+

Parapetní jednotka FVXS-F B/A+ B / A A / A B/A+ B / A A / A

Jednotka typu 
Flexi

Jednotka typu Flexi FLXS-B C/A C/A B / A pouze Multi

PŘIPOJITELNÉ 
VNITŘNÍ 

JEDNOTKY

Nástěnná jednotka Volně stojící Jednotka typu Flexi Kazetová jednotka 
s kruhovým výdechem Kazetová jedn. s ploch. dek. pan. Jednotka do podhledu Podstropní jednotka

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C
25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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* Informace nejsou dosud k dispozici

1) Twin, Triple, Double Twin aplikace jsou možné pouze do třídy 125 

Vnitřní jednotky 
RXL-K RXS-K RXS-F RZQG-L8V1/L7V1/L(8)Y1 RZQSG-L3/L8/L7V1/L8/L7Y1 RZQ-C

Typ Model
Název 

výrobku
35 50 25 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 140 200 250

Kazetová 

jednotka 

pro stropní 

montáž

Vysoké COP, kazetová 
jednotka pro stropní 
montáž s kruhovým 

výdechem

FCQHG-F A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A++ A++/A++

Kazetová jednotka 
pro stropní montáž 

s kruhovým 
výdechem 4

FCQG-F A/A++ A+/A+ A/A++ A+/A+ A+/A  A++/A+ A++/A++ A+/A+  A++/A+ A++/A++ A+/A+

Kazetová jednotka 
s plochým 

dekoračním 
panelem

FFQ-C * * A/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+

Jednotka 

do 

podhledu

Jednotka do 
podhledu řízená 

invertorem
FBQ-C8 1 C/A B / A C/A B / A A / A  A++/A+ A+/A++ A+/A+  A++/A+ A+/A++ A+/A+

Jednotka do 
podhledu (velká)

FDQ-C A+/A+ A+/A+

Jednotka do 
podhledu (velká)

FDQ-B 1

Nástěnná 

jednotka
Nástěnná 
jednotka

FAQ-C  A++/A+  A++/A+  A++/A+ A++A/A+

Podstropní 

jednotka

Podstropní 
jednotka

FHQ-C B / A A / A B / A A / A A / A A++/A+ A++/A++ A+/A+ A++/A+A A++/A++ A+/A+

Podstropní 
jednotka se 
4 výdechy

FUQ-C A++/A+ A++/A+ A+/A+  A++/A+ A++/A++ A+/A+

Parapetní Parapetní FVQ-C A++/A+ A+/A+ A+/A  A++/A+ A+/A+ A+/A

Vnitřní jednotky 
AZQS-BV1/BY1

Typ Model
Název 

výrobku
71 100 125 140

Kazetová 

jednotka pro 

stropní montáž 

Kazetová 
jednotka se 
4 výdechy 

ACQ-B B / A B / A

Jednotka 

do 

podhledu

Jednotka do 
podhledu 

ABQ-B/A A / A

Podstropní 

jednotka 
Podstropní 
jednotka

AHQ-C*

Výkonová třída

Výkonová třída

Menší komerční
včetně energetických štítků (SEER/SCOP, průměrné klima)

* Informace nejsou dosud k dispozici



Systém Typ Název výrobku 71 100 125 140 200 250

CHLAZENÉ 
VZDUCHEM

TEPELNÉ ČERPADLO

RZQG-L8/L7V1/L(8)Y1
Celoroční Smart

RZQSG-L3/L8V1/L(8)Y1
Celoroční Classic

RZQ-C  
Super invertor

Párové, Twin, Triple a Double Twin aplikaceVenkovní jednotky Výkon (třída)

Twin, Triple a Double Twin aplikace

FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDQ-C

Výkonová třída 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2

RZQ250C 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C FUQ-C

Výkonová třída 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71 71

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 2 2 2 2 2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C

Výkonová třída 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71

RZQSG71L3V1 2 2 2 2 2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2



Menší komerční

Nástřešní jednotky (Rooftop) Výkon (třída)

Systém Typ Název výrobku Chladivo 180 240 280 320 450 560 700 850 1000 1200

Chlazení 
vzduchem

Pouze chlazení
UATP-AY1  

Nástřešní jednotka
R-407C

Tepelné čerpadlo
UATYP-AY1  

Nástřešní jednotka
R-407C

Systém Typ Název výrobku Chladivo 250 350 450 550 600 700

Chlazení 
vzduchem

Tepelné čerpadlo
UATYQ-CY1

Nástřešní jednotka
R-410A

Typ Název výrobku 0 200 600 800 1,000 1,500 2,000 4,000 6,000 8,000

Vzduchotechnické aplikace ERQ Sada EKEXV

Průtok vzduchu (m3/h)

Systém Typ Název výrobku 71 100 125 140 200 250

Chlazení vzduchem Tepelné čerpadlo

ERQ-AV1 1 
Kondenzační 

jednotky

ERQ-AW1 1 
Kondenzační 

jednotky

Pro připojení ke vzduchotechnickým 
jednotkám a vzduchovým clonám Biddle

1) Kondenzační jednotku používejte pouze v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou.

Výkon (třída)

Venkovní jednotky Párové aplikace
Systém Typ Název výrobku 71 100 125 140

Chlazení 
vzduchem

Tepelné čerpadlo

AZQS-BV1

AZQS-BY1

Výkonová třída



Sortiment standardních vzduchových clon Biddle
3,0m

3

2

1

Výška dveří (m)

Podmínky 
pro instalaci

Vhodné
např. kryté nákupní centrum 
nebo otočné vchodové dveře

Normální
např. slabý přímý průvan, 
žádné otevřené dveře na 
protější straně, pouze přízemní 
budova

Nevhodné
např. umístění v rohu nebo 
na volném prostranství, 
vícepodlažní budova a / nebo 
otevřené schodiště

S S SM M ML L L

2,3m 2,3m
2,15m

2,0m

2,75m
2,5m 2,5m

2,4m

Typ Název výrobku

Standardní vzduchové clony Biddle 
s volným zavěšením

CYQ S/M/L-DK-F

Standardní vzduchové clony Biddle 
kazetové

CYQ S/M/L-DK-C

Standardní vzduchové clony Biddle 
zapuštěné

CYQ S/M/L-DK-R



	 Produkty Daikin distribuuje:
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Tato publikace slouží pouze k  informačním účelům a  nepředstavuje žádnou 
závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. 
sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme 
žádné výslovné nebo z  okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, 
spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty 
a  služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího 
upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv 
zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v  nejširším slova smyslu, 
které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace tohoto prospektu, nebo 
by se k  němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv 
společnosti Daikin Europe N.V.

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu 
Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AC), 
kapalinového chlazení (LCP), vzduchotechnických 
jednotek (AHU) a  ventilátorových jednotek (FCU); 
Zkontrolujte nadcházející platnost certifikátu on-line: 
www.eurovent-certification.com nebo na adrese: 
www.certiflash.com”

 

 

Celoroční účinnost, chytré hospodaření s energií 
Celoroční účinnost je měrná jednotka zavedená Evropskou unií za účelem optimalizace spotřeby energie.  
EU chce, aby si lidé uvědomovali, kolik energie jednotlivá zařízení spotřebovávají, a  neúčinná zařízení 
zakazuje na svém trhu prodávat. Jednotky s udávanou celoroční účinností odrážejí skutečný výkon, který 
lze očekávat po celý rok - tedy jak topnou, tak i chladicí sezónu. Tyto normy vstoupily v platnost v lednu 
2013 a platí pro produkty s výkonem nižším než 12 kW.

Daikin dnes ukazuje cestu směrem k účinnějším a úspornějším řešením komfortu. Všechny výrobky Daikin 
- ať již rezidenční, komerční či průmyslové - jsou celoročně účinné a chytrým způsobem snižují spotřebu 
energie a náklady.

Další informace naleznete na www.daikin.eu

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8 
www.daikin.cz 
Tel.: +420 221 715 700, Email: office@daikin.cz




