DAIKIN Sky-tr

Liten

undertaksenhet
FDBQ-B

@ Utvecklad for hotellrum

Franvaroprogram

» Kompakt enhet (230 mm hog och 652 mm djup) > Flexibel installation eftersom luftens tillopp kan

gor att den ar lamplig fér inbyggnad tranga i dndras fran baksidan till undersidan

o undertak > FOr att underldtta monteringen, kan
Lag ljudniva . . . o . o
» Diskret dolda i taket: bara insugs- och kondensvattenskalen placeras antingen pa

utsldappsgallren synliga vanster eller hoger sida av enheten



FDBQ-B + MXS-K/MXS-G/ =
MXS-E/MXS-F

FDBQ25B 3MXS52E/4MXS68E

Inomhusenhet FDBQ 25B
Matt Enhet Hojd x Bredd x Djup mm 230x652x502
Ljudeffektsniva Kyla dBA 55

Varme dBA 55
Ljudtrycksniva Kyla Hog dBA 35,0

Lag dBA 28,0
Varme Hog dBA 35,0
Lag dBA 29,0

Styrsystem Tradansluten fjdrrkontroll BRC1D52 / BRCIE52A/B
Utomhusenhet 3MXS40K 3MXS68G 3MXS52E 4MXS80E 5MXS90E 4MXS68F
Matt Enhet H&jd x Bredd x Djup mm | 735x936x300 735x936x300 735x936x300 770x900x320 735x936x300
Ljudeffektsniva Kyla dBA 59 61 59 62 66 61

Varme dBA 60 60 -
Ljudtrycksniva Kyla Nom. dBA 46 48 46 48 52 48

Varme Nom. dBA 47 49 47 49 52 49
Driftomrade Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Varme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18 -15~18 -15~18 -15~18
Kéldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5

Méangd kg/TCO,Eq 2,0/42 259/54 2,0/4.2 2,99/6,2 2,6/54
Stromforsérjning  Fas / Frekvens / Spanning Hz/V 1~/50/230

Innehaller fluorerande véxthusgas (1) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast for anvandning utanfor EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, varme vid 7°/20° nominell last
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EUROVENT Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme
- CERTIFIED for vatskekylare (LCP), luftbehandlingsenheter (AHU),
PERFORMANCE flaktkonvektorenheter (FCU) samt system med varierbart
flode av koldmediet (VRF). Kontrollera certifikatets nuvarande
giltighet pa natet: www.eurovent-certification.com eller med:

www. eurovent-certification. com

certiflash.
ECPSV15-103 06/15 www.certiflash.com

- Den aktuella broschyren &r enbart skapad i informationssyfte och utgdr darfor inte ndgot bindande erbjudande
o fran Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanstéllt denna broschyr efter basta formaga. Ingen uttrycklig

Gy

_f eller antydd garanti limnas for fullsténdighet, riktighet, tillférlitlighet eller limplighet for speciellt syfte av innehallet
g och produkterna och tjénsterna som presenteras hari. Specifikationerna kan komma att dndras utan féregdende
= avisering darom. Daikin Europe N.V. fransager sig uttryckligen allt ansvar for eventuell direkt eller indirekt skada,
i den vidaste bemérkelse, som uppstar fran eller ar relaterad till anvandningen och/eller tolkningen av denna
1509001 - 150 14001 broschyr. Allt innehall r upphovsrattsskyddat av Daikin Europe N.V.





