
Golv-, vägg-  
och takmonterat
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Varför välja Daikin?

Komfort
 Vi erbjuder ett brett utbud av produkter där vi 

alltid erbjuder er den perfekta lösningen, vare sig 
det gäller bostäder, kommersiella fastigheter eller 
industrifastigheter.

 Våra enheter är nästan ljudlösa och med deras 
perfekta luftflödesmönster skapar de ett perfekt 
inomhusklimat.

Styrning
 Vår expertis gör livet enklare för dig tack vare att 

du kan styra ditt system via en smartphone-app 
eller en användarvänlig fjärrkontroll.

Energieffektiv
 Eftersom vi är ett företag som tar vårt miljöansvar 

ser vi till att vi passar i ett hälsosamt ekosystem.

 Våra produkter är designade för att vara mycket 
effektiva året runt.

 Deras låga energiförbrukning speglas även på 
lägre el-räkningar.

Tillförlitlighet
 Daikins produkter är kända för sin tillförlitlighet. 

Du kan lita på att vår service är lika bra.

Daikin är världsledande när det gäller luftkonditionering och värme. Tack vare vår 

konstanta innovation inom komfort, verkningsgrad, användarvänlig styrning 

och tillförlitlighet sätter vi standarden för kvalitet inom branschen.
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Flexibla och ekonomiska lösningar

Varför välja en synlig enhet?
Även om många väljer kassetter och dolda enheter baserat på en estetisk synvinkel,  

så har även vägg-, golv- och takmonterade enheter sina egna fördelar.

Varför välja  
golvmonterade enheter?  ...... s10

 › Perfekt för kommersiella utrymmen, 
korridorer, passager och övriga områden

 › Tillgänglig som dold (monterad i 
väggen) eller som fristående enhet

 › Garanterar en stabil temperatur i hela rummet

Varför välja  
väggmonterade enheter  ....... s14

 › Flexibel och lämplig för alla sorters rum
 › Perfekt när det inte finns tillgängligt 
golvutrymme eller dolda undertak

 › En kostnadseffektiv lösning när du 
behöver en luftkonditionering

Daikin golv-, vägg- 
och takserie

Varför välja  
takupphängda enheter?  ........ s16

 › För rum utan dolda undertak och där en 
takinstallation krävs p.g.a. brist på golv- eller väggyta

 › Kan värma/kyla rum med takhöjd upp till 3,8 m
 › Flexibel och lämplig för alla sorters rum

• Flexibel och enkel installation då inga 

dolda takutrymmen krävs

• Finns inga inbyggnadskrav som vid 

fastigheter med dolda takutrymmen

• Perfekt för extra luftkonditionering vid 

eftermonteringar, även om man inte 

planerat en komplett ombyggnad
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Vad är en luft-till-luft-värmepump?

Daikins värmepumpar är tysta och diskreta och 
använder den senaste teknologin för att hålla el-
räkningarna så låga som möjligt. Med en Daikin 
värmepump kommer 75 % av energin som används 
för att värma din fastighet från utomhusluften, 
även vid kallt väder. En gratis och oändligt förnybar 
källa. Endast 25 % kommer från elektricitet. För 
kyla fungerar systemet omvänt och drar kyla från 
inomhusluften.

Inverterstyrning optimerar verkningsgraden

Daikins inverterteknik är en verklig innovation 
inom området för klimatstyrning. Principen är 
enkel: en inverter anpassar energiuttaget så att det 
överensstämmer med effektbehovet. Denna teknik ger 
dig två tydliga fördelar:
 › Komfort: en inverter reglerar kontinuerligt värme/
kyla för att anpassa rumstemperaturen, vilket 
därmed ökar komfortnivåerna. Invertern förkortar 
uppstartstiden så att önskad rumstemperatur uppnås 
snabbare. När den väl har uppnåtts ser invertern till 
att den upprätthålls.

 › Energieffektiv: genom att övervaka och 
justera omgivande temperatur reduceras 
energiförbrukningen med 30 % i jämförelse med 
traditionella på/av-system.

Flexibel styrning

Varje system levereras med en användarvänlig kontroll 
så att du kan sköta ditt interna klimat och luftflöde.
 › Individuell
 › Centraliserad
 › Fastighetssystem

Flexibel schemaläggning anpassar sig efter olika 
säsonger och kan övervaka en hel fastighet via en app, 
eller ansluta dina kontroller till ett fastighetssystem.

trådlös centraliserad

med inverter utan inverter

100 % 
energi

75 % 
omgivningsluft

25 % 
elektricitet
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Lösningar för  

kommersiella tillämpningar

Lösningen för 
kommersiella  
fastigheter

Sky Air är Daikins industriledande serie för 
kommersiella tillämpningar. Den har designats för 
att erbjuda optimal verkningsgrad. Sky Air-serien 
erbjuder en komplett komfortlösning för alla sorters 
kommersiella utrymmen.

Tre kompletterande utomhusenheter

Beroende på era krav kan ni välja mellan tre 
kompletterande utomhusserier, var och en 
designad för att erbjuda den perfekta lösningen för 
olika situationer.

Seasonal Smart-enheter erbjuder avancerad teknik 
som varierbar köldmedietemperatur, kvalitet som 
är bäst i sin klass och den högsta årstidsrelaterade 
verkningsgraden. De erbjuder en flexibel installation 
och optimal komfort vid alla väderlekar.

Seasonal Classic-enheter är extremt effektiva 
utomhusenheter som erbjuder en utmärkt 
kombination av teknik och komfort vid kommersiell 
tillämpning och kan användas vid temperaturer ned 
till -15°C.

Siesta Sky Air utomhusenheter erbjuder primära 
kyl-/värmelösningar för butiker, kontor och andra 
kommersiella områden. Med energiklass upp till A+ är 
Siesta-enheterna enkla men effektiva system och kan 
användas vid temperaturer ned till -15°C.

Lösningen för  
varje medel till stor  
kommersiell tillämpning

Daikin har mer än 90 års erfarenhet inom värmepumpar 
och har varit marknadsledande inom VRV-system 
(Varierbar köldmedievolym) sedan de uppfann dem 
1982. VRV erbjuder er en ultimat och anpassad 
komfort, intelligent styrning och maximal 
verkningsgrad. 

VRV för alla klimatförhållanden och behov

Beroende på var ni bor eller på vilken lösning som ni 
kräver, kan ni välja mellan olika VRV-utomhusenheter, 
var och en designad för att erbjuda den perfekta 
lösningen för olika situationer.

Värmepump
Både kyla och värme kan levereras av samma enhet med 
75 % av värmen från utomhusluften och endast 25 % från 
elektricitet. 

Värmeåtervinning
Både kyla och värme kan levereras av samma enhet, 
med endast 25 % från elektricitet och 75 % av värmen 
kommer från utomhusluften. Värme kan även överföras 
från en plats till en annan inom samma fastighet, vilket i 
sin tur minskar elkostnaderna än mer!

Byte
Uppdatera dina gamla R-22- eller R-407C-system på 
ett snabbt, ekonomiskt och effektivt sätt med minimal 
stilleståndstid.

Vattenkyld
Den vattenkylda VRV IV-serien erbjuder en optimal 
lösning för skyskrapor som använder vatten som 
värmekälla.

Optimerad för värme
När värme prioriteras utan att kompromissa på 
verkningsgraden, med garanterad drift ned till -25°C.

Mini VRV
Platsbesparande lösning för bostäder och kommersiell 
tillämpning utan att kompromissa på verkningsgraden.

43°C-5°C

15,5°C-25°C

Kylläge

Värmeläge

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden



6

ARGUMENTKORT FNQ/FXNQ-A

• Den mest slimmade enheten på marknaden

• Endast 200 mm djup

• Diskret design, dold i väggar

• Låg höjd (620 mm)

• Idealisk för montering under ett fönster

• Smälter in i varje interiör

• Endast inlopps- och utloppsgaller är synliga

Dold  
golvmonterad enhet

Den mest diskreta installationen för moderna  
och traditionella bostäder, samt kommersiella utrymmen.
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TAKUPPHÄNGD 
MODELL

STÅENDE 
GOLVMODELL

DOLD 
GOLVMONTERAD

VÄGGMONTERAD 

TAKUPPHÄNGD 
MODELL
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Produktöversikt

Dold golvmonterad enhet
FXNQ-A / FNQ-A

Designad för att vara dold i golv

 › Perfekt för installation på kontor, hotell och i bostäder

 › Diskret dolda i taket: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga

 › Kräver väldigt litet installationsutrymme (djupet är endast 200 mm)

 › Hög ESP möjliggör en flexibel installation

Golvmonterad enhet
FXLQ-P

För luftkonditionering åt alla håll

 › Enheten kan installeras som fristående modell genom tillvalet 

bakplatta

 › Enhetens låga höjd gör att den kan placeras perfekt under ett fönster

 › Stilrent modernt hölje i grått och vitt 

 › Kräver väldigt litet installationsutrymme

 › En väggmonterad installation förenklar rengöringen under enheten, 

där damm ofta samlas

 › Trådansluten fjärrkontroll kan lätt integreras i enheten 

Väggmodell
FXAQ-P / FAQ-C

För rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 › Plan, stilfull frontpanel smälter lätt in med all interiördekor och är 

enklare att rengöra

 › Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader

 › Luften sprids komfortabelt uppåt och nedåt tack vare  

5 luftutsläppvinklar som kan programmeras via fjärrkontrollen

 › Underhållsarbete kan utföras från enhetens framsida

NYHET

golvmonterade enheter

Väggmodeller

takupphängda enheter

Takmodell
FXHQ-A / FHQ-C

För breda rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 › Bredare luftutsläpp: upp till 100° luftutsläppvinklar

 › Även rum med takhöjd upp till 3,8 m kan värmas upp eller kylas ned 

väldigt enkelt utan kapacitetsförlust

 › Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader

 › Kan enkelt monteras i hörn och trånga utrymmen eftersom den bara 

behöver 30 mm serviceutrymme på sidan

 › Stilig enhet smälter enkelt in med all interiör. Luftriktarna stängs helt 

när enheten inte är i drift

Golvmonterad enhet
FVQ-C

För kommersiella utrymmen, korridorer, 

passager och övriga områden

 › Idealisk lösning för kommersiella utrymmen med lågt i tak eller utan 

falska innertak

 › Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader

 › Minskning av temperaturvariationen genom val av automatisk 

fläkthastighet eller inställbar 3-stegs fläkthastighet

 › Ökad komfort som ett resultat av bättre luftspridning från det 

vertikala utflödet som möjliggör manuell inställning av luftriktarna 

överst på enheten. Inställbart horisontellt utflöde för att bättre passa 

rummets utformning (via BRC1E52)

Siesta, Takupphängd modell
AHQ-C

För breda rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 › Perfekt för kommersiella utrymmen utan eller med trånga falska 

innertak

 › Kan installeras både i nya byggnader och vid ombyggnationer

 › Luftfilter tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn 

försörjning av ren luft

 › Minskning av temperaturvariationen genom val av automatisk 

fläkthastighet eller inställbar 3-stegs fläkthastighet

 › Enkel installation och skötsel
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Översikt över fördelar
Stående golvmodell Väggmonterad Takupphängd

FXNQ-A FNQ-A FXLQ-P FVQ-C FXAQ-P FAQ-C FXHQ-A FHQ-C AHQ-C

20-63 25-60 20-63 71-125 15-63 71-100 32-100 35-140 71-140

W
e 

ca
re

Årstidsrelaterad 
verkningsgrad - smart 
användning av energi 

Årstidsrelaterad verkningsgrad ger en mer 
realistisk indikation om hur effektivt en 
värmepump eller luftkonditioneringsenhet 
verkar under en hel värme- eller kylsäsong.

     

Inverterteknik I kombination med inverterkontrollerade 
utomhusenheter.         

Frånvaroprogram Vid frånvaro kan inomhustemperaturen 
ställas in på en konstant nivå.        

Enbart fläktdrift Enheten kan användas som fläkt för att 
blåsa utan vare sig kylning eller värmning.         

Ko
m

fo
rt

Automatisk växling 
mellan värme/kyla

Väljer automatiskt kyl- eller värmeläge för 
att uppnå den inställda temperaturen.         

Lu
ftb

eh
an

dl
in

g

Luftfilter Tar bort luftburna dammpartiklar för 
att få en jämn försörjning av ren luft.         

St
yr

ni
ng

 a
v 

fu
kt

ig
he

t

Avfuktningsprogram Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan 
att temperaturen i rummet förändras.        

Lu
ft

flö
de Vertikal autoswing

Möjlighet att välja automatisk vertikal 
rörelse av luftutsläppets ventil för 
att få ett jämnt luftflöde och en 
jämn temperaturfördelning.

   

Fläkthastighetssteg Tillåter högsta antal 
fläkthastigheter att väljas.

2 2 2 3 2 3 3 3 3

Fj
är

rk
on

tr
ol

l o
ch

 ti
m

er

Veckotimer Timern kan ställas in för att starta driften 
när som helst på daglig eller veckovis basis.         

Infraröd fjärrkontroll
Fjärrkontroll med infraröd styrning 
och display för start, stopp och 
reglering av enheten på avstånd.

 tillval   tillval  tillval standard

Trådansluten 
fjärrkontroll

Trådansluten kontroll för start, stopp 
och reglering av enheten på avstånd.  tillval  tillval  tillval  tillval tillval

Centralstyrning
Centralt placerad manöverpanel 
för start, stop och reglering av flera 
enheten från en central punkt.

 tillval  tillval  tillval  tillval

Ö
vr

ig
a 

fu
nk

tio
ne

r

Automatisk återstart Enheten startar automatiskt om i sitt 
ursprungliga läge efter ett strömavbrott.         

Självdiagnos Förenklar underhåll genom att indikera 
systemfel eller driftstörningar.         

Kondensvattenpumpsats Underlättar kondensvattenutlopp 
från inomhusenheten.

tillval tillval tillval tillval

Twin/trippel/
dubbeltwin-installation

2, 3 eller 4 inomhusdelar kan anslutas 
till en enkel utomhusdel även om de har 
olika kapaciteter. Alla inomhusenheter 
kan styras individuellt inom samma läge 
(kyla eller värme) från en fjärrkontroll.

  

Multimodellsinstallation

Upp till 5 inomhusdelar (även med olika 
kapaciteter) kan anslutas till en enkel 
utomhusdel. Alla inomhusenheter kan 
styras individuellt inom samma läge.

 

VRV för användning i 
bostäder

Upp till 9 inomhusdelar (även med 
olika kapaciteter och upp till klass 71) 
kan anslutas till en enkel utomhusdel. 
Alla inomhusenheter kan hanteras 
individuellt inom samma läge.

 

Flerbostad
Inomhusenhetens elnätanslutning 
kan stängas av när man lämnar 
hotellet eller kontorsbyggnaden.
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  Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer 

Inomhusenhet FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,00
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Värme Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Dimensioner Enhet Höjd mm 620 / 720

Bredd mm 750 950 1.150
Djup mm 200

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 51/- 52/- 53/- 54/-
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC4C65

Förenklad trådansluten fjärrkontroll för hotellanläggningar BRC2E52C (värmeåtervinningstyp) / BRC3E52C (värmepumpstyp)
Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1D61 / BRC1E52A/B

Dold golvmonterad enhet

Designad för att vara dold i golv

 ʯ Idealisk för installation på kontor, hotell och i bostäder
 ʯ Enhetens låga höjd (620 mm) gör att den kan placeras perfekt under 
ett fönster

 ʯ Smälter in utan problem med alla invändiga dekorer: endast sug- 
och utloppsgallren är synliga

 ʯ Kräver väldigt litet installationsutrymme då djupet endast är 200 mm
 ʯ Hög ESP möjliggör en flexibel installation

FXNQ-A / FNQ-A

Inomhusenhet FNQ 25A 35A 50A 60A
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 620 / 720x750x200 620 / 720x1.150x200
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 56

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC4C65

Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B

Kombination med split utomhusenhet är idealisk för mindre applikation som lager eller bostäder 

Effektivitetsdata FNQ + RXS 25A + 25L3 35A + 35L3 50A + 50L 60A + 60L
Kylkapacitet Nom. kW 2,6 3,4 5,0 6,0
Värmekapacitet Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Ineffekt Kyla Nom. kW 0,69 1,11 1,49 2,24

Värme Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A+ A
Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,65 5,72 5,51
Årlig energiförbrukning kWh 162 211 306 381

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+
Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 4,05 4,09 4,16
Årlig energiförbrukning kWh 925 1.002 1.369 1.548

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,77 3,06 3,35 2,68
COP 4,00 3,48 3,34 3,11
Årlig energiförbrukning kWh 345 556 746 1.119
Energiklass Kyla/Värme A/A B/B A / C D/D

Utomhusenhet RXS 25L3 35L3 50L 60L
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 550x765x285 735x825x300
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 59 61 62

Värme dBA 59 61 62
Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46

Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18
Köldmedium Typ/mängd/GWP kg/tCO₂eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240

(1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning — Innehåller fluoriderade växthusgaser

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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  Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer 

Inomhusenhet FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Värme Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Dimensioner Enhet Höjd mm 600

Bredd mm 1.000 1.140 1.420
Djup mm 232

Vikt Enhet kg 27 32 38
Hölje Färg Fresh White (RAL9010) / Dark Grey (RAL7011)
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Luftfilter Typ Plastnät
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 9,52

Gas YD mm 12,7 15,9
Kondensvatten O.D. 21 (vinylklorid)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 15
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC4C65

Förenklad trådansluten fjärrkontroll för hotellanläggningar BRC2E52C (värmeåtervinningstyp) / BRC3E52C (värmepumpstyp)
Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B

Innehåller fluoriderade växthusgaser

Golvmonterad enhet

För luftkonditionering åt alla håll

 ʯ Enheten kan installeras som fristående modell genom tillvalet 
bakplatta

 ʯ Enhetens låga höjd (600 mm) gör att den kan placeras perfekt 
under ett fönster

 ʯ Stilrent modernt hölje i helvit (RAL9010) och järngrå (RAL7011) 
smälter enkelt in med all interiör

 ʯ Kräver väldigt litet installationsutrymme
 ʯ En väggmonterad installation förenklar rengöringen under enheten, 
där damm ofta samlas 

 ʯ Trådansluten fjärrkontroll kan lätt integreras i enheten

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P
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Inomhusenhet FVQ 71C 100C 125C 140C
Hölje Färg Fräscht vit
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1.850x600x270 1.850x600x350

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 55 62 63 65
Värme dBA 55 62 63 65

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Värme Hög/nom./låg dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48

Kontrollsystem Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B

Golvmonterad enhet

För kommersiella utrymmen med högt i tak

 ʯ Idealisk lösning för kommersiella utrymmen med inga eller låga 
falska innertak

 ʯ Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader
 ʯ Minskning av temperaturvariationen genom val av automatisk 
fläkthastighet eller inställbar 3-stegs fläkthastighet. Förbättrad 
komfort till följd av bättre luftflödesfördelning från det vertikala 
utblåset, vilket möjliggör manuell justering av luftutloppsblad 
överst på enheten. Inställbart horisontellt utflöde för att bättre passa 
rummets utformning (via BRC1E52).

 ʯ Låg strömförbrukning tack vare särskilt framtagen DC-fläktmotor
 ʯ Ingen adapter krävs för DIII-inkoppling, länka din enhet till det större 
fastighetssystemet

 FVQ-C

  Kombination med Seasonal Classic ger bra värde för pengarna för alla sorters lätt kommersiell tillämpning 

Effektivitetsdata FVQ + RZQSG 71C + 71L3V1 100C + 
100L9V1

125C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

100C + 
100L8Y1

125C + 
125L8Y1 140C + 140LY1

Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 9,5 12,0 13,4
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Ineffekt Kyla Nom. kW 2,12 2,96 4,27 4,45 2,96 4,27 4,45

Värme Nom. kW 2,08 2,99 3,96 4,54 2,99 3,96 4,54
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A - A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,50 - 5,50 -
Årlig energiförbrukning kWh 433 605 764 - 605 764 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A A+ A - A+ A -
Pdesign kW 6,33 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,86 4,01 3,85 - 4,01 3,85 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.296 2.653 2.764 - 2.653 2.764 -

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,21 2,81 3,01 3,21 2,81 3,01
COP 3,61 3,41 3,61 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 1.060 1.480 2.135 2.225 1.480 2.135 2.225
Energiklass Kyla/Värme A/A A / B -/- A/A A / B -/-

Utomhusenhet RZQSG 71L3V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 70 69 70 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 49/47 53/- 54/- 53/- 54/- 53/-

Värme Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,75/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 5,7 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utom EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning

BRC1E52A-B

FVQ71C
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  Kombination med Seasonal Smart ger klassens bästa kvalitet, bästa verkningsgrad och prestanda 

Effektivitetsdata FVQ + RZQG 71C + 
71L9V1

100C + 
100L9V1

125C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

71C + 
71L8Y1

100C + 
100L8Y1

125C + 
125L8Y1

140C + 
140LY1

Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 6,8 9,5 12,0 13,4
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 7,5 10,8 13,5 15,5
Ineffekt Kyla Nom. kW 2,02 2,49 3,74 4,17 2,02 2,49 3,74 4,17

Värme Nom. kW 2,06 2,61 3,65 4,30 2,06 2,61 3,65 4,30
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,31 5,61 - 6,31 5,61 -
Årlig energiförbrukning kWh 377 593 749 - 377 593 749 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A - A+ A -
Pdesign kW 6,33 11,30 - 6,33 11,30 -
SCOP 4,05 4,20 3,87 - 4,05 4,20 3,87 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.188 3.767 4.088 - 2.188 3.767 4.088 -

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,37 3,81 3,21 3,37 3,81 3,21
COP 3,64 4,14 3,70 3,61 3,64 4,14 3,70 3,61
Årlig energiförbrukning kWh 1.010 1.245 1.870 2.085 1.010 1.245 1.870 2.085
Energiklass Kyla/Värme A/A -/- A/A -/-

Utomhusenhet RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Värme Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser
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  Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer 

Inomhusenhet FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

Värme Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060
Dimensioner Enhet Höjd mm 290

Bredd mm 795 1.050
Djup mm 238

Vikt Enhet kg 11 14
Hölje Färg Vit (3,0 Y 8,5/0,5)
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Luftfilter Typ Tvättbart plastnät
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 9,52

Gas YD mm 12,7 15,9
Kondensvatten VP13 (I.D. 13/O.D. 18)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 16
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC7EB518

Förenklad trådansluten fjärrkontroll för hotellanläggningar -
Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52

Innehåller fluoriderade växthusgaser

Väggmodell

För rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 ʯ Plan, stilfull frontpanel smälter lätt in med all interiördekor och är 
enkel att rengöra

 ʯ Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader
 ʯ 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade rum, som 
hotellrum och små kontor etc.

 ʯ Låg strömförbrukning tack vare särskilt framtagen DC-fläktmotor
 ʯ Luften sprids komfortabelt upp och ned tack vare fem olika 
utblåsvinklar som kan programmeras med fjärrkontrollen

 ʯ Underhållsarbete kan utföras från enhetens framsida

FXAQ-P / FAQ-C

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P

Inomhusenhet Frågor och svar 71C 100C
Hölje Färg Fräscht vit
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 61 65

Värme dBA 61 65
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 45/42/40 49/45/41

Värme Hög/nom./låg dBA 45/42/40 49/45/41
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC7EB518

Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B
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  Kombination med Seasonal Smart ger klassens bästa kvalitet, bästa verkningsgrad och prestanda  

Effektdata FAQ + RZQG 71C + 71L9V1 100C + 100L9V1 71C + 71L8Y1 100C + 100L8Y1
Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 6,8 9,5
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 7,5 10,8
Ineffekt Kyla Nom. kW 2,00 2,63 2,00 2,63

Värme Nom. kW 2,03 3,00 2,03 3,00
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A++
Pdesign kW 6,80 9,50 6,80 9,50
SEER 6,51 6,11 6,51 6,11
Årlig energiförbrukning kWh 366 544 366 544

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+
Pdesign kW 6,33 10,20 6,33 10,20
SCOP 4,02 4,01 4,02 4,01
Årlig energiförbrukning kWh 2.204 3.561 2.204 3.561

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,40 3,62 3,40 3,62
COP 3,70 3,61 3,70 3,61
Årlig energiförbrukning kWh 1.000 1.315 1.000 1.315
Energiklass Kyla/Värme A/A

Utomhusenhet RZQG 71L9V1 100L9V1 71L8Y1 100L8Y1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 66 64 66
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 48/- 50/- 48/- 50/-

Värme Nom. dBA 50 52 50 52
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser

  Kombination med Seasonal Classic ger bra värde för pengarna för alla sorters lätt kommersiell tillämpning 

Effektivitetsdata FAQ + RZQSG 71C + 71L3V1 100C + 100L9V1 100C + 100L8Y1
Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8
Ineffekt Kyla Nom. kW 2,12 3,16

Värme Nom. kW 2,08 3,17
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A+
Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 6,05 5,61
Årlig energiförbrukning kWh 393 593 593

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A A+
Pdesign kW 6,00 6,81
SCOP 3,90 4,01
Årlig energiförbrukning kWh 2.155 2.378 2.378

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,21 3,01
COP 3,61 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 1.060 1.580
Energiklass Kyla/Värme A/A B / B

Utomhusenhet RZQSG 71L3V1 100L9V1 100L8Y1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770x900x320 990x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 70 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 49/47 53/-

Värme Nom. dBA 51 57
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15 ~ 46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,75/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5
Mängd TCO2Eq 5,7 6,1

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser
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  Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer 

Inomhusenhet FXHQ 32A 63A 100A
Kylkapacitet Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Värmekapacitet Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Värme Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Dimensioner Enhet Höjd mm 235

Bredd mm 960 1.270 1.590
Djup mm 690

Vikt Enhet kg 24 33 39
Hölje Färg Fräscht vit

Material Harts
Fläkt - Luftflöde - 
50 Hz

Kyla Hög/nom./låg m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Värme Hög/nom./låg m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Luftfilter Typ Plastnät, mögelbeständigt
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Värme Hög/nom./låg dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2 087,5
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 9,52

Gas YD mm 12,7 15,9
Kondensvatten VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 16
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC7G53

Förenklad trådansluten fjärrkontroll för hotellanläggningar -
Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52

Innehåller fluoriderade växthusgaser

Takmodell

För breda rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 ʯ Idealisk för komfortabelt luftflöde i stora rum tack vare Coanda-
effekten: upp till 100° utblåsvinkel

 
 ʯ Även rum med takhöjd upp till 3,8 m kan värmas upp eller kylas ned 
väldigt enkelt utan kapacitetsförlust

 ʯ Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader
 ʯ Kan enkelt monteras i hörn och trånga utrymmen eftersom den 
bara behöver 30 mm serviceutrymme på sidan

 ʯ Reducerad energiförbrukning tack vare särskilt framtagen  
DC-fläktmotor och kondensvattenpump

 ʯ Stilig enhet smälter enkelt in med all interiör. Luftriktarna stängs helt 
när enheten inte är i drift

FXHQ-A / FHQ-C

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A
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Kombination med split utomhusenhet är idealisk för mindre applikation som lager eller bostäder 

Effektivitetsdata FHQ + RXS 35C + 35L3 50C + 50L 60C + 60L
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW 1,4/3,40 (2/4,0) 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW 1,3/4,00 (2/5,1) 1,7/6,0/6,0 1,7/7,20/7,2
Ineffekt Kyla Min./Nom./Max. kW 0,410/0,950 (2/1,490) -/1,570/- -/1,750/-

Värme Min./Nom./Max. kW 0,270/0,980 (2/1,980) -/1,790/- -/2,170/-
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,18 5,87 6,02
Årlig energiförbrukning kWh 193 298 332

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A
Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP 4,43 3,86 3,87
Årlig energiförbrukning kWh 981 1.578 1.705

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,58 (1) 3,18 3,26
COP 4,08 (1) 3,35 3,32
Årlig energiförbrukning kWh 475 785 875
Energiklass Kyla/Värme A/A B/C A / C

Utomhusenhet RXS 35L3 50L 60L
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 550x765x285 735x825x300
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 61 62

Värme dBA 61 62
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst drift dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-

Värme Hög/Låg/Tyst drift dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-
Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46

Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18
Köldmedium Typ/mängd/GWP kg/tCO₂eq R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser

 
Inomhusenhet FHQ 35C 50C 60C
Hölje Färg Fräscht vit
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 235x960x690 235x1.270x690
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 54

Värme dBA 53 54
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Värme Hög/nom./låg dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC7G53

Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B
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  Kombination med Seasonal Smart ger klassens bästa kvalitet, bästa verkningsgrad och prestanda 

Effektivitetsdata FHQ + RZQG 71C + 
71L9V1

100C + 
100L9V1

125C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

71C + 
71L8Y1

100C + 
100L8Y1

125C + 
125L8Y1

140C + 
140LY1

Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 6,8 9,5 12,0 13,4
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 7,5 10,8 13,5 15,5
Ineffekt Kyla Nom. kW 1,78 2,49 3,58 4,05 1,78 2,49 3,58 4,05

Värme Nom. kW 1,82 2,60 3,48 4,27 1,82 2,60 3,48 4,27
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,95 6,11 6,01 - 6,95 6,11 6,01 -
Årlig energiförbrukning kWh 342 544 699 - 342 544 699 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Pdesign kW 7,60 11,30 14,13 - 7,60 11,30 14,13 -
SCOP 4,32 4,61 4,23 - 4,32 4,61 4,23 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.463 3.432 4.677 - 2.463 3.432 4.677 -

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,82 3,81 3,35 3,31 3,82 3,81 3,35 3,31
COP 4,13 4,15 3,89 3,63 4,13 4,15 3,89 3,63
Årlig energiförbrukning kWh 890 1.245 1.790 2.025 890 1.245 1.790 2.025
Energiklass Kyla/Värme A/A -/- A/A -/-

Utomhusenhet RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Värme Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 

Innehåller fluoriderade växthusgaser

  Kombination med Seasonal Classic ger bra värde för pengarna för alla sorters lätt kommersiell tillämpning 

Effektivitetsdata FHQ + RZQSG 71C + 71L3V1 100C + 
100L9V1

125C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

100C + 
100L8Y1

125C + 
125L8Y1 140C + 140LY1

Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 9,5 12,0 13,4
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Ineffekt Kyla Nom. kW 1,97 2,96 4,15 4,45 2,96 4,15 4,45

Värme Nom. kW 1,88 2,99 3,73 4,54 2,99 3,73 4,54
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass A+ - A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,61 - 5,61 -
Årlig energiförbrukning kWh 424 592,692 748,663 - 593 749 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A A+ - A A+ -
Pdesign kW 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,90 3,91 4,01 - 3,91 4,01 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.727 2.721 2.653 - 2.721 2.653 -

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,46 3,21 2,89 3,01 3,21 2,89 3,01
COP 4,00 3,61 3,62 3,41 3,61 3,62 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 985 1.480 2.075 2.225 1.480 2.075 2.225
Energiklass Kyla/Värme A/A C/A -/- A/A C/A -/-

Utomhusenhet RZQSG 71L3V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 70 69 70 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 49/47 53/- 54/- 53/- 54/- 53/-

Värme Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,75/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 5,7 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser
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Inomhusenhet AHQ 71C 100C 125C 140C
Hölje Färg Vit
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 260x1.320x634 260x1.538x634 260x1.786x634 285x1.902x680
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 59 64 69 70

Värme dBA 62 64 69 70
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 49/48/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46

Värme Hög/nom./låg dBA 49/48/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46
Kontrollsystem Trådansluten fjärrkontroll ARCWB

Siesta, takupphängd modell

För breda rum utan dolda undertak eller ledig golvyta

 ʯ Idealisk lösning för kommersiella utrymmen med inga eller låga 
falska innertak

 ʯ Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader
 ʯ Luftfilter tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn 
försörjning av ren luft

 ʯ Minskning av temperaturvariationen genom val av automatisk 
fläkthastighet eller inställbar 3-stegs fläkthastighet.

 ʯ Enkel installation och skötsel

AHQ-C

AHQ71C

AZQS71B8V1 ARCWLA

  
Effektivitetsdata AHQ + AZQS 71C + 71B2V1 100C + 

100B8V1
125C + 

125B8V1
140C + 

140B8V1 100C + 100BY1 125C + 125BY1 140C + 140BY1

Kylkapacitet Nom. kW 6,8 9,5 12,1 13,0 9,5 12,1 13,0
Värmekapacitet Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Ineffekt Kyla Nom. kW 2,24 3,62 4,60 4,32 3,62 4,60 4,32

Värme Nom. kW 2,46 3,17 3,74 4,55 3,17 3,74 4,55
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad  
(enligt EN14825) 
 

Kyla Energiklass B - B -
Pdesign kW 6,80 9,50 - 9,50 -
SEER 4,65 4,60 - 4,60 -
Årlig energiförbrukning kWh 511,85 723 - 723 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A - A -
Pdesign kW 6,33 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,80 - 3,80 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.332,26 2.800 - 2.800 -

Nominell 
verkningsgrad

EER köldfaktor 3,03 2,62 2,63 3,01 2,62 2,63 3,01
COP 3,05 3,41 3,61 3,41 3,61 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 1.120 1.810 2.300 2.159 1.810 2.300 2.159
Energiklass Kyla/Värme B / D D / B D / A -/- D / B D / A -/-

Utomhusenhet AZQS 71B2V1 100B8V1 125B8V1 140B8V1 100BY1 125BY1 140BY1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 70 71 70 71 70
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 48/43 53/- 54/- 53/- 54/- 53/-

Värme Nom. dBA 50 57 58 54 57 58 54
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -5~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/mängd/GWP kg R-410A/2,75/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5 R-410A/2,9/2.087,5 R-410A/4/2.087,5
Mängd TCO2Eq 5,7 6,1 8,4 6,1 8,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1) EER/COP i enlighet med Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell belastning, värme vid 7°/20° nominell belastning 
Innehåller fluoriderade växthusgaser
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Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande 

från Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet 

och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående 

avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 

vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. 

Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V. 

Tryckt på icke-klorblekt papper. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (ansvarig utgivare)

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme 

för vätskekylare (LCP), lufthanteringsenheter (AHU), 

fläktkonvektorer (FCU) samt system med varierbart flöde av 

köldmediet (VRF). Se pågående giltighetscertifikat online: www.

eurovent-certification.com eller genom: www.certiflash.com

ECPSV15 - 101 06/15

Daikin, din tillförlitliga partner 
för komfortabel och effektiv 
värme och kyla.


