
FCQ(H)G,FXFQSEER upp till

Värme och kyla
Luftkonditionering & värmepumpar

www.daikin.se

Rundblåsande kassett

»» Kassett med hög COP 
säkerställer högsta 
prestanda

»» 360° luftutsläpp

»» Självrengörande 
kassett

»» Inget drag - ökad 
komfort

»» Jämnt luftflöde

»» Flexibilitet för att 
passa alla rumstyper

 

UtbytesteknikA++
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Rundblåsande 
kassett
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Oavsett om vi pratar om en butik, kontor eller annan kommersiell lokal, är 
det absolut viktigt att få rätt prestanda på värme och kyla, och för optimal 
prestanda behövs optimal komfort i form av temperatur, luftfuktighet och 
ventilation. För att leverera detta behövs en rundblåsande kassett från 
Daikin som en del av lösningen.

Sätter standarden för 
effektivitet och komfort
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För att erhålla en optimal komfort bör du ha en prefekt fördelning av luft vid rätt temperatur. 
Denna fördelning måste nå alla delar i rummet utan några döda områden, men, samtidigt utan 
drag eller kalla punkter. Det är här som luftutflödesmönstret på 360° i den rundblåsande 
kassetten, kombinerat med sina sensorer och specialfunktioner, som finns som tillval, verkligen 
tar hand om problemet.

•	 Den rundblåsande kassetten levererar luft genom fyra individuellt styrda spjäll 
för att säkerställa att luften når alla delar i rummet.

•	 Den extra närvarosensor, som finns som tillval, känner av om någon befinner sig i 
rummet och riktar bort luftflödet från personerna för att minska drag. Detta är perfekt för 
rum och kontor där de personer som finns i rummet ofta sitter still.

Optimal

infraröd 
närvarosensor

infraröd 
golvsensor

komfort

•	 Tillvalet golvsensor ser till att golven hålls varma. Sensorn känner av golvets 
genomsnittstemperatur och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan taket och 
golvet.

•	 Utflödesspjällen är styrbara för att säkerställa en jämn luftfördelning och temperatur i hela rummet och kan ställas in för att 
minimera drag  samt att förhindra att taket blir smutsigt.

•	 Dessutom har den rundblåsande kassetten ett speciellt avfuktningsprogram för att upprätthålla luftfuktigheten på den effektivaste 
nivån och dess viskande tysta drift, knappt högre än ljudet av prasslande löv, säkerställer att dina kunder och din personal kan får 
arbeta ostört.
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Självrengörande kassett Standard rundflödeskassett
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Ackumulativ energijämförelse över 12 månader

Energiförbrukning (kWh)

50% 
skillnad  

i strömförbrukning

(testplatsen i Wolverhampton, Storbritannien) 

Daikins rundblåsande kassett är en av de bäst presterande 
kassetterna på marknaden. Med ett högt COP och en A+++  
energiklassning för både värme och kyla har den två viktiga 
egenskaper som bidrar till att leverera en enastående effektivitet.

Panel med automatisk rengöring  

sparar upp till

Högsta effektivitet

Funktion med automatisk rengöring som standard

Det är en viktig bidragande faktor att hålla filter rena för att erhålla 
en hög effektivitet så vi har byggt in en daglig rengöringsfunktion 
i standardpanelen för att säkerställa att rengöring utförs utan att 
du behöver komma ihåg det. I jämförelse med standardlösningar 
har det visat sig reducera energiförbrukningen med upp till 50% 
och bidrar till att genomföra det rutinmässiga underhållet.

50%

Närvarosensor  

sparar upp till
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Det �nns 
ingen 

i rummet

Utan sensor Börvärde  
vid kyla: 22° CTT

Med sensor (BRC1E52A/B krävs)

Det finns 
ingen i 

rummet

ingen närvaro detekterad under 15 min.

Närvarosensor som tillval

Närvarosensorn, som finns som tillval, minskar automatiskt 
luftflödet eller stänger av enheten när den inte känner av 
någon person i rummet under 15 minuter. Enheten återgår till 
normaldrift när någon kommer in i rummet. Denna funktion 
har visat sig minska energiförbrukningen med upp till 27% i 
jämförelse med ett system utan sensor.

När rummet har varit tomt under 15 minuter kommer sensorn 
att upprätthålla den förinställda temperaturen för värme och 
en förhöjd förinställd temperatur för kyla under upp till en 
timme innan den stängs av. Detta säkerställer att när en person 
återkommer efter en kort tids frånvaro kommer den energi som 
förbrukas för att erhålla optimal temperatur att hållas på ett 
minimum.

27% *

UNIK
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Flexibel installation
För att erbjuda en så stor flexibilitet som möjligt för installation av 

systemet eller vid förändring av rummets utformning har vi infört 

ett antal inställningsfunktioner som ser till att kassetten levererar 

optimalt oavsett om rummets inredning ändras.

Stängbara spjäll gör det möjligt att ändra 
layouten

Vart och ett av de åtta spjällen kan stängas var för sig med 

hjälp av en trådansluten kontroll och detta ger upp till 23 olika 

luftflödesmönster utan att påverka vare sig effektivitet eller 

komfort. Denna möjlighet ger dig maximal flexibilitet när du gör 

förändringar i rummet utan att du behöver flytta på kassetten 

- om förändringen innebär att kassetten kommer nära en vägg 

eller ett hörn är det bara att stänga de spjäll som påverkas.

Ändra konfigurationen  
i rummet/renovering

Värme eller kyla med en utomhusenhet

En enda Daikin utomhusenhet kan försörja upp till nio 

kassetter som kan monteras i olika kombinationer. De flesta 

rum använder en enkel, individuellt styrd kassett medan större 

rum och oregelbundna rum kan använda en kombination av 

upp till fyra kassetter som styrs som en grupp. Detta levererar 

optimal effektivitet och komfort för varje separat plats.

För större kommersiella fastigheter kan ett VRV-system 

användas där upp till 64 inomhusenheter kan anslutas till en 

utomhusenhet.



Total kontroll Trådansluten 
fjärrkontroll 
BRC1E52A/B  
(tillval)

Kontrollens funktioner:

›› Temperaturintervallgräns

›› Förbättrad sänkningsfunktion

›› Stöd för närvarosensor 

och golvsensor

›› Avstängningstimer

›› kWh-indikering

›› 3-veckorstimers

Daikins förbättrade trådanslutna kontroll med sin avancerad 

funktionalitet ger dig total kontroll över alla funktioner och 

inställningar för den rundblåsande kassetten och ger dig 

möjlighet att välja optimala komfortinställningar, erhålla det 

bästa effektivitetsnivån och uppnå de lägsta driftskostnaderna. 

Den indikerar dessutom kWh-förbrukningen per dag/månad/år, 

vilket ger dig möjlighet att ha kontroll på energiförbrukningen 

och därigenom kostnaderna.

Kontrollen har tre programmerbara scheman - till exempel: 

›› vinter för optimal värme

›› sommar för optimal kyla

››  en inställning för höst/vår för flexiblare inställningar

Det finns dessutom en helgdagsfunktion som gör att du kan 

åsidosätta och stänga av den schemalagda tiden så att du inte 

behöver slösa pengar under den tid som ingen finns i byggnaden.
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Tekniska 

specifikationer

INOMHUSENHET FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Ineffekt - 50 Hz
Kyla Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Värme Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840

Vikt Enhet kg 19 20 21 24 26

Dekorationspanel

Modell BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)

Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 60 x 950 x 950 / 145 x 950 x 950

Vikt kg 5,4 / 5,4 / 10,3

Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Värme Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-

Ljudtrycksnivå
Kyla Hög/nom./låg dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Värme Hög/nom./låg dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Köldmedium Typ R-410A

Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/VP25 (YD 32 / ID 25) 9,52/15,9/VP25 (YD 32 / ID 25)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 16

(1) BYCQ140D7W1W har vita isoleringar. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.  

(2) BYCQ140D7W1: Vit standardpanel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W: Vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1: Vit panel med automatisk rengöring.

Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer med upp till 64 anslutna inomhusenheter till 
ett enda system, samtliga individuellt styrda.

•	 Perfekt komfort genom samtidig uppvärmning på vissa platser och kyla på andra
•	 Kostnadsfri uppvärmning av rum eller vatten möjligt genom värmeåtervinning
•	 Temperaturstyrning, friskluft, luftridåer och varmvattenproduktion integrerade i ett system

VRV UtomhusenhetFXFQ-A BRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7A532F 
(tillval)

Rundblåsande kassett

Frånvaroprogram Enbart  
fläktdrift

Självrengörande 
panel

Golv- och 
närvarosensor

Dragskydd Låg ljudnivå Luftfilter Automatisk växling 
mellan värme/kyla

Avfuktnings-
program

Smutsar inte 
ned innertaket

Vertikal 
autoswing

Fläkthastighet 
i 3 steg

Individuell 
luftriktarstyrning

Veckotimer Trådlös 
fjärrkontroll

Trådansluten 
fjärrkontroll

Centralstyrning Automatisk 
återstart

Självdiagnos Kondensvatten-
pumpsats  
(standard)

Twin/Trippel/
Dubbeltwin-

installation (FCQ(H)G)

Multimodellsinstallation 
(FCQG)

VRV för användning  
i bostäder  

(FCQG)

Flerbostad 
(FXFQ)

Utbytesteknik
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Värme och kyla Perfekt för kommersiellt bruk

FCQHG71-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Hög COP, rundblåsande kassett

BRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7FA532F 
(tillval)

INOMHUSENHET FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 1,66 2,15 3,00 4,00 1,66 2,15 3,00 4,00

Värme Nom. kW 1,56 2,16 3,07 3,77 1,56 2,16 3,07 3,77
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 -
Årlig energiförbrukning kWh 340 475 635 - 340 475 635 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.343 3.295 3.829 - 2.343 3.295 3.829 -

Nominell 
verkningsgrad (kyla 
vid 35°/27° nominell 
last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Årlig energiförbrukning kWh 830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000
Energiklass Kyla/Värme A / A - A / A -

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 288 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 25 26 25 26
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Värme Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 61 53 61
Värme dBA 53 61 53 61

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Värme Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Vikt Enhet kg 78 102 80 101
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Värme Nom. m³/min 49 62 49 62

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Värme Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 50 75 50 75

System Ekvivalent m 70 90 70 90
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30,0

IE - IE Max. m 0,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
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Värme och kyla Perfekt för kommersiellt bruk

FCQHG71-140F RZQSG100-125L8V1/L8Y1

Hög COP, rundblåsande kassett

BRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7FA532F 
(tillval)

INOMHUSENHET FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 1,94 2,57 3,71 4,17 2,57 3,71 4,17

Värme Nom. kW 1,83 2,51 3,60 4,29 2,51 3,60 4,29
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,50 6,70 5,40 - 6,70 5,40 -
Årlig energiförbrukning kWh 366 496 777 - 496 777 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ - A+ -
Pdesign kW 7,60 8,03 - 8,03 -
SCOP 4,15 4,30 4,10 - 4,30 4,10 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.563 2.614 2.741 - 2.614 2.741 -

Nominell 
verkningsgrad (kyla 
vid 35°/27° nominell 
last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER 3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21
COP 4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61
Årlig energiförbrukning kWh 970 1.285 1.855 2.085 1.285 1.855 2.085
Energiklass Kyla/Värme A / A - A / A -

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 288 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 25 26
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950
Vikt kg 5,4/5,4/10,3

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Värme Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 61
Värme dBA 53 61

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Värme Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Vikt Enhet kg 67 81 102 82 101
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Värme Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 69 70 69 70 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

Värme Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 50

System Ekvivalent m 40 70
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30

IE - IE Max. m 0,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 20 32 20

(1) �EER/COP enligt Eurovent 2012 endast för användning utanför EU (2) BYCQ140D7W1W har vita isoleringar. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer 

som utsätts för mycket smuts. (3) BYCQ140D7W1: Vit standardpanel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W: Vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1: Vit panel med automatisk rengöring.
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Perfekt för kommersiellt bruk

FCQG100-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Värme och kyla

BRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7AF532F 
(tillval)

Rundblåsande kassett

INOMHUSENHET FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2,01 2,45 3,22 4,17 2,01 2,45 3,22 4,17

Värme Nom. kW 1,89 2,60 3,72 4,30 1,89 2,60 3,72 4,30
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,80 6,00 - 6,80 6,00 -
Årlig energiförbrukning kWh 350 488 700 - 350 488 700 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Pdesign kW 6,33 11,30 12,66 - 6,33 11,30 12,66 -
SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.110 3.431 4.322 - 2.110 3.431 4.322 -

Nominell 
verkningsgrad (kyla 
vid 35°/27° nominell 
last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
COP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
Årlig energiförbrukning kWh 1.005 1.225 1.610 2.085 1.005 1.225 1.610 2.085
Energiklass Kyla/Värme A / A - A / A -

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 21 24 21 24
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950
Vikt kg 5,4/5,4/10,3

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Värme Hög/nom./låg m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 51 54 58 51 54 58
Värme dBA 51 54 58 51 54 58

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29
Värme Hög/nom./låg dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Vikt Enhet kg 78 102 80 101
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Värme Nom. m³/min 49 62 49 62

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Värme Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 50 75 50 75

System Ekvivalent m 70 90 70 90
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30,0

IE - IE Max. m 0,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 20 32 16 20

(1) �EER/COP enligt Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W har vita isoleringar. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. 

(3) BYCQ140D7W1: Vit standardpanel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W: Vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1: Vit panel med automatisk rengöring.
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Värme och kyla Perfekt för kommersiellt bruk

FCQG100-140FRZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 RZQSG140LV1

Rundblåsande kassett

BRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7AF532F 
(tillval)

INOMHUSENHET FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2,12 2,88 3,74 4,45 2,88 3,74 4,45

Värme Nom. kW 2,08 3,05 3,96 4,54 3,05 3,96 4,54
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,10 6,50 5,30 - 6,50 5,30 -
Årlig energiförbrukning kWh 390 511 792 - 511 792 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ - A+ -
Pdesign kW 6,33 7,60 8,03 - 7,60 8,03 -
SCOP 4,10 4,01 - 4,10 4,01 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.162 2.595 2.803 - 2.595 2.803 -

Nominell 
verkningsgrad (kyla 
vid 35°/27° nominell 
last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER 3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01
COP 3,61 3,54 3,41 3,54 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 1.060 1.440 1.870 2.225 1.440 1.870 2.225
Energiklass Kyla/Värme A / A A / B - A / B -

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 21 24
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950
Vikt kg 5,4/5,4/10,3

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Värme Hög/nom./låg m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 51 54 58 54 58
Värme dBA 51 54 58 54 58

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29
Värme Hög/nom./låg dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Vikt Enhet kg 67 81 102 82 101
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Värme Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 69 70 69 70 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. / Tyst drift dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

Värme Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Nattyst läge Nivå 1 dBA - 49

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~15,5

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 50

System Ekvivalent m 40 70
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30

IE - IE Max. m 0,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 20 32 20

 (1) �EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU.  BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer 

som utsätts för mycket smuts. (3) BYCQ140D7W1: Vit standardpanel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W: Vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1: Vit panel med automatisk rengöring.
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Värme och kyla Perfekt för kommersiellt bruk

FCQG35-60F RXS35KBRC1E52A/B  
(tillval)

BRC7F532F 
(tillval)

Rundblåsande kassett

Inomhusenhet FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW 1,3/4,20/5,2 1,7/6,00/6,0 1,7/7,0/7,0
Effektförbrukning Kyla Min./Nom./Max. kW 0,400/0,950/1,100 -/1,410/- -/1,640/-

Värme Min./Nom./Max. kW 0,230/1,200/1,840 -/1,620/- -/1,990/-
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,48 6,22
Årlig energiförbrukning kWh 193 270 321

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A++ A+
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,90 4,29 4,00
Årlig energiförbrukning kWh 949 1.426 1.646

Nominell 
verkningsgrad (kyla 
vid 35°/27° nominell 
last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER 3,58 3,55 3,48
COP 3,50 3,7 3,52
Årlig energiförbrukning kWh 475 705 820
Energiklass Kyla/Värme A / B A / A A / B

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 18 19
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010)/
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950
Vikt kg 5,4/5,4/10,3

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7
Värme Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 49 51
Värme dBA 49 51

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 31/29/27 33/31/28
Värme Hög/nom./låg dBA 31/29/27 33/31/28

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,5 12,70

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Utomhusenhet RXS35L RXS50L RXS60L
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Vikt Enhet kg 34 47 48
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/Extra låg m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Värme Hög/Extra låg m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 61 62
Värme dBA 61 62

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst drift dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Värme Hög/Låg/Tyst drift dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 20 30

Nivåskillnad IE - UE Max. m 15 20,0
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A -

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012 endast för användning utanför EU (2) BYCQ140D7W1W har vita isoleringar. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer 

som utsätts för mycket smuts. (3) BYCQ140D7W1: Vit standardpanel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W: Vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1: Vit panel med automatisk rengöring.
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FCQHG FCQG

71 35 50 60 71 100 125

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1

* Drift i värmeläge ner till -20°C
* 75 m rörlängd
* Kompatibilitet med D-BACS

2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2

RZQ200C * Drift i värmeläge ner till -15°C
* 100 m rörlängd

4 3 3 2

RZQ250C 4 2

RZQSG71L3V1

* Drift i värmeläge ner till -15°C
* 50 m rörlängd
* Kompatibilitet med D-BACS

2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2

Twin-, trippel-, dubbeltwininstallation
›› För långa och oregelbundna rum kan du använda upp till fyra inomhusenheter som försörjs från en enskild utomhusenhet.
›› Alla inomhusenheter styrs samtidigt.

Multimodellsinstallation
›› En enda multi-utomhusenhet kan försörja upp till nio inomhusenheter i olika rum. 

Naturligtvis kan varje rums klimat styras individuellt.
›› Detta säkerställer toppeffektivitet och optimal komfort för varje separat plats.

FCQG
35 50 60

3MXS40K *
3MXS52E * *
3MXS68G * * *
4MXS68F * * *
4MXS80E * * *
5MXS90E * * *

RXYSQ-P8V1 * * *
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Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt 
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas 
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer 
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin 
Europe N.V.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification 
Programme för luftkonditionerare (AC), vätskekylare 
(LCP) luftbehandlingsenheter (AHU), samt 
fläktkonvektorer (FCU), Se pågående giltighetscertifikat 
online:  www.eurovent-certification.com eller på:  
www.certiflash.com”

Europas nya energiklass:  
höjer ribban för energieffektivitet

För att förverkliga de utmanande miljömålen för 20-20-20 inför Europa minimikrav 
på energieffektivitet för energirelaterade projekt. Dessa minimikrav trädde i kraft den 
1 januari 2013 och kommer att revideras för att bli strängare under följande år. 

Eco-Design-direktivet ökar inte bara minimikraven med hänsyn till miljön, metoden 
som används för att mäta denna prestanda har också ändrats för att bättre stämma 
överens med verkliga förhållanden. Den nya årstidrelaterade prestandaklassningen 
ger en mycket bättre bild av den faktiska förväntade energieffektiviteten över en hel 
säsong för värme eller kyla.

För att fullborda bilden finns en ny energimärkning för EU. Den aktuella märkningen, 
som introducerades 1992 och med påföljande modifiering, gör att konsumenter 
kan jämföra och göra köpbeslut baserade på enhetliga märkningskriterier. Den nya 
märkningen innefattar olika klassificeringar från A+++ till D och återspeglas i färger från 
mörkgrön (bästa energieffektivitet) till röd (sämsta effektivitet). Informationen på den 
nya energimärkningen innehåller inte bara nya årstidsrelaterade verkningsgrader för 
värme (SCOP) och kyla (SEER), utan även den årliga energiförbrukningen och ljudnivåer. 
Den gör det möjligt för slutanvändare att fatta sina beslut på bättre grunder eftersom 
årstidsrelaterad verkningsgrad återspeglar luftkonditioneringen över ett helt år.

Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på 90 års erfarenhet av tillverkning av 
högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för bostäder, handel och industri 
och har under 56 år varit världsledande inom värmepumpstekniken.




