Velky Sky Air systém pro komercni aplikace

DAIKIN

SMI' Advance-series

Rada nizkych velkych

s konstrukéne nejmensimi rozmeéry jednotky.

f Technologie vymény

Moznost Pair, Twin, Triple
a Double Twin aplikace

> Nové jedine¢né portfolio s nizkou vyskou
jednotky s jednim ventildtorem

> Jmenovity vykon 20 a 25 kW

> Vysokd ucinnost: SEER az do 6,25

> Mensi dopad na Zivotni prostredi diky
chladivu R-32

» Garantovany provozni rozsah v reZzimu
chlazeni a vytdpéni az do teploty -20 °C

» Spolehlivost diky desce plo3nych spojd
chlazené chladivem
> Pro instalace s délkou potrubf az 100 m
> Snadny servis a manipulace - nejlepsi na
trhu
- Snadny pfistup ke viem dllezitym
soucastem
- Displej se 7 segmenty



Ma nejmensi dopad
na zivotni prostredi

Nova jedinecna rfada
s nizkou vyskou a jednim
ventilatorem

Prvni lehky komercni systém
v Evropé pouzivajici chladivo R-32

Mz

» Potencial globdlniho oteplovant: R-32 (GWP) je 0 68 %
nizsi nez pfi pouziti standardnfho chladiva R410A

» Vysoka ucinnost (SEER az 6,25)

» Nevyzaduje pravidelné ro¢nf kontroly obsahu chladiva, BLUEeVOoLUTION
coz snizuje ndklady na udrzbu

> 016 % mensi napln chladiva




Regulace aplikaci

> Regulujte a nastavujte vase zafizenf kdykoliv a odkudkoliv
> Intuitivni

» Pres chytry telefon, tablet nebo cloud

Pro instalace s délkou potrubi az 100 m

Siroky provozni rozsah 20°C08 46708 20°CwB 15570

L]
> Provozni rozsah chlazeni od -20 °C do +46 °C @%} C:C“:))

> Provozni rozsah vytdpéni od -20 °C do +15.5 °C

z Kompletni fada vnitfnich jednotek s R-32
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> Vice nez 45 modelU vnitfnich jednotek
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Nova rada

Slqﬂir Advance-series

Nove umisténé drzadlo
pro snadnou manipulaci

Nova a vétsi konstrukce ventilatoru

vvvvvv

proudeéni vzduchu
» Snizené hodnoty akustického vykonu a tlaku

Tepelny 3-fady vymenik
» Jedinec¢ny 3-fady vymeénik tepla pro kompaktni
opldsténi az do vykonu 24 kW




Kompaktni rozmery

» Snadna pfeprava diky kompaktnim rozmérdm
a konstrukci s jednim ventiladtorem

N

1100 cm

Chladivem chlazena PCB deska

Snadny servis a manipulace — nejlepsi
na trhu

Kompresory typu SWING
optimalizované pro delsi zivotnost a
celoroCnf Ucinnosti




RZA-D

Rada Sky Air Advance

Velky Sky Air systém pro komercni aplikace s konstrukené
nejmensimi rozméry jednotky

> Lehka konstrukce malych rozmérd (vyska
870 mm) s jednim ventildtorem je nendpadn3,
Setfi prostor a snadno se instaluje
> Snadny servis a manipulace — nejlepsi na trhu — diky
dostate¢nému prostoru pro pfistup, displeji se 7 segmenty
> Wbér produktu R-32 snizuje dopad na Zivotni
prostiedi 0 68 % v porovnani s produktem
R-410A vede k nizsi spotfebé energie diky vysoké
energetické Uc¢innosti pfi mensi naplni chladiva
> Nahrada stavajicich technologii bez \
nutnosti nédhrady potrubf f
» Zarucuje provozuschopnost v rezimu
vytdpéni az do teploty -20 °C
» Zaruka spolehlivého chlazenf diky chlazené desce PCB,
nedochézi k ovlivnéni provozu okolni teplotou
> Maximalni délka potrubiaz 100 m
> Maximalni vyskovy rozdil instalace az 30 m
> Venkovni jednotky pro aplikace Pair,
Twin, Triple, Double Twin

Tabulka kombinaci pro komeréni aplikace

FCAG-B FFA-A9 | FDXM-F9 FBA-A(9)

Vykonova tfida 50 60 71 100 125 | 50 60 50 60 50 60 @71
RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3
RZA250A 4 2 4 4 4

Technické udaje RZA-D

Venkovni jednotka
Rozméry Jednotka Vyska x Sitka x hloubka mm
Hmotnost Jednotka kg
Hladina akustického Chlazeni dBA
vykonu Vytapéni dBA
Hladina akustického tlaku  Chlazeni Jmen. dBA
Vytapéni Jmen. dBA
Provozni rozsah Chlazeni Okolni prostfedi Min.~Max. °CDB
Vytapéni Okolni prostiedi Min.~Max. °CWB
Chladivo Typ/GWP
Napln kg/TCO,Eq
Pfipojovaci rozméry Kapalina/plyn  Vnéjsi primér mm
Délka potrubi  Venk.jedn-Vnitf. jedn. Max. m
Neni nutno dopliovat m
Doplnéni néplné chladiva kg/m
Rozdil drovni \iitf jedn.-Venk.jedn. Max. m
Elektrické napajeni Pocet fazi / Frekvence / Napéti Hz/V
Proud - 50 Hz Max. proudové hodnota pojistky (MFA) A

FHA-A(9)
125 50 60 @ 71
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RZA200D

73
76
53
60

SMI‘ Advance-series
BLUEeVOoLUTiION
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RZA200-250D

FDA-A FUA-A FAA-A FNA-A9

125125 200 250 71 | 100 125 71 100 50 @ 60

P 3 2 3 2 4 3

2 | 2 P 2 4

RZA250D
870x1.100x460
120
76
79
57
63
-20~46
-20~15
R-32/675
5,0/3,38
9,52/22,2
100
30
Viz instala¢ni pfirucka
30
3~/50/380-415
25

(1) MFA se pouzivé k vybéru jistice a prerusovace zemni ochrany (jisti¢ uzemnéni). Podrobnéjsi informace o jednotlivych kombinacich naleznete ve vykresech elektrického zapojeni.



FDA-A + RZA-D

Kanalova jednotka s vysokym

ESP

ESP a7 250 Pa, idedlni pro velké prostory

> Vysoky externf staticky tlak az 250 Pa usnadfuje pouZiti pro
naroc¢néjsi potrubni rozvody s distribu¢nimi prvky
> MoZnost ménit ESP pomoci kabelového ovladace dovoluje

optimalizovat mnozstvi pfivadéného vzduchu

> Diskrétni ukryti v podhledech: vidét jsou pouze saci

a vystupni mrizky

> Volitelné ¢erpadlo pro odvod kondenzatu

» Standardné dodavany filtr sani ziednodu3uje instalaci

» VreZimu vytédpéni az 27,6 kW

Sky Air kombinace

Chladici vykon Jmen. kw
Topny vykon Jmen. kw
Prostorové Jmenovity vykon Pdesign kw
chlazeni SEER
ns,c %
Ro¢ni spotieba energie kWh/rok
Prostorové Jmenovity vykon Pdesign kw
vytapéni SCoP
(primérné ns,h %
podnebi) Ro¢ni spotieba energie kWh/rok
Vnitini jednotka FDA
Chladici vykon Celkovy vykon Jmen. kw
Topny vykon Celkovy vykon Jmen. kw
Ptikon - 50 Hz Chlazeni Jmen. kw
Vytapéni Jmen. kw
Rozméry Jednotka Vyska x $itka x hloubka mm
Hmotnost Jednotka kg
Oplasténi Material
Ventilator Pratok Chlazeni Nizka/vysokd m*min
vzduchu Vytapéni Nizké/vysoka m*/min
Extemistaticky tiak ~ Jmen./Vysoky Pa
Vzduchovy filtr Typ
Hladina akustického vikonu Chlazeni dBA
Hladina Chlazeni Niz. / Stf./ Vys. dBA
akustického tlaku  Vytapéni Niz. / Stf. / Vys. dBA
Chladivo Typ
Pripojovaci Kapalina Vnéjsi primér mm
rozméry Plyn Vnéjsi primér mm
Elektrické napéjeni Pocet fazi/ Frekvence / Napéti Hz/V
Ridici systémy Infratervené dalkové ovladani

Kabelové dalkové ovlddani

FDA200-250A

SMr Advance-series
BLUEVOoLUTiION

RZA-D BRCIH519W7, BRP069B82
FDA200A / RZA200D FDA250A / RZA250D
19,0 22,0
22,4 24,0
19,0 22,0
6,25 537
247 211,8
1.824 2458
1,2 12,1
3,59 3,58
140,6 140,2
4.368 4732
200A 250A
19 22
22,4 24
0,32 04
0,32 04
470x1.490x1.100
104 15
Galvanizovand ocelova deska
36/64 43/69
36/64 43/69
62 /250
Pryskyficova sit
69 71
36/39/43 37/40/44
36/39/43 37/40/44
R-32/R-410A
9,52
191 22,2

1~ /50/60 / 220-240/220
BRC4C65

BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1ID52



Nizka vyska
Vysoka
hodnota

Vice flexibility pro vase podnikani s jednim
ventilatorem v celé fade Sky Air

Jedine¢né na trhu: Hrdé prezentujeme nase nizké, venkovnijednotky s jednim
ventildtorem v celé fadé Sky Air — od 3,5 do 25 kW.

> Vice flexibilni umisténi, snadnéjsi preprava a instalace
> S nejjednodussim servisem a manipulaci na trhu — se snadnym pfistupem ke viem
soucastem a 7segmentovym displejem

> Spolehlivost chlazenf diky desce plodnych spoji chlazené chladivem
> Kompletni portfolio pfipojitelnych vnitfnich jednotek R-32

SloAir

Advance-series BLUEeVOoLUTiION

https://www.daikin.cz/cs_cz/skupiny-vyrobku/sky-air/sky-air-bluevolution.html
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EUROVENT Spolecnost Daikin Europe N.V. se podili na programu Eurovent
%‘é’ CERTIFIED pro certifikaci klimatiza¢nich jednotek, kapalinového chlazeni

PERFORMANCE hydronickych tepelnych ¢erpadel, jednotek fan coil a systémi
s proménnym pratokem chladiva. Zkontrolujte platnost

. euroventeertification. com certifikatu na adrese: www.eurovent-certification.com
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Spole¢nost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svych nejlepsich védomosti. Neprebirdme
zadné vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zaruky tplnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity
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