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Viacmodelové zostavy




FTXJ-MS / FTXJ-MW + RXJ-M /

RXJ-N

Udaje o uc¢innosti
Chladiaci vykon

Vykurovaci vykon
Prikon

Chladenie
priestoru

Vykurovanie
(stredné klim.
pésmo)

Nominalna
ucinnost

FTXJ-MS

FTXJ-MW

RXJ-N

FTXJ +RXJ 20MS +20M 25MS +25M 35MS +35M 50MS + 50N 20MW +20M 25MW +25M 35MW +35M 50MW + 50N

Min./Nom./Max.
Min./Nom./Max.

Chladenie Nom. ot.
Vykurovanie Nom. ot.
Trieda energetickej uc¢innosti
Vykon P dizajn
SEER

Rocnad spotreba energie

Trieda energetickej uc¢innosti

Vykon P dizajn
SCOP/A

Rocna spotreba energie

EER

cop

Rocnd spotreba energie

kw

kw

kw
kw

kw

kWh/a

kw

kWh/a

kWh

Smernica o energetickom Chladenie/Vykurovanie

oznacovani

-/2,30 /- -/2,40 /-
/2,5 /- -/3.2/-
0,50 0,51
0,50 0,70
A+++
23 24
8,73 8,64
92 97

A++
2,10 2,70
4,61
638 822
4,64 4,73
5,00 4,57
248 254

-/3,50 /- 1,40 /4,80 -/2,30 /- -/2,40 /- -/3,50 /- 1,40 /4,80
/5,50 /5,50
-/4,0 /- 1,10/5,80 -12,5/- -/3.2/- -/4,0 /- 1,10 /5,80
/7,00 /7,00
0,86 143 0,50 0,51 0,86 1,43
0,99 1,59 0,50 0,70 0,99 1,59
A++ A+++ A++
35 4,80 23 2,4 35 4,80
7,19 7,02 8,73 8,64 719 7,02
170 239 92 97 170 239
A+ A++ A+
3,00 4,60 2,10 2,70 3,00 4,60
4,60 4,28 4,61 4,60 4,28
913 1.505 638 822 913 1.505
4,09 335 4,64 4,73 4,09 335
4,04 3,65 5,00 4,57 4,04 3,65
428 716 248 254 428 716
A/A

Nominalna t¢innost: chladenie pri 35%/27° nom. zataz,, vykurovanie pri 7°/20° nom. zétaz. | Nominalny chladiaci vykon je stanoveny pri: vntitornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajsej teploty: 35°CDB, prislusnej dlzky
potrubia chladiva: 5 m, prevy3enia: 0 m. | Nominalny vykurovaci vykon je stanoveny pri: vnitornej teplote: 20°CDB, vonkajsej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dlzky potrubia pre chladivo: 5 m, prevy3enia: 0 m. |
Pozrite si samostatny nakres pre prevadzkovy rozsah | Pozrite si samostatné nakresy s elektrickymi ddajmi

Vniit. jednotka
Vonkajsie rozmery
Hmotnost
Vzduchovy filter
Ventilator

Akus. vykon

Hladina
akustického tlaku
Riadiace systémy

220V | 230V | 240V

Vonk. jednotka
Vonkajsie rozmery

Hmotnost
Akus. vykon

Hladina
akustického tlaku
Prevédzkovy rozsah

Chladivo

Pripojenia potrubia

Napajanie
Istenie

FTXJ/FTXJ)
Jednotka Vyska x Sirka x Hlbka mm
Jednotka kg
Typ
Prietok  Chladenie Tichd prevadzka/ m*/min
vzduchu Nizke/Stredné/Vysoké
Vykurovanie Tiché prevadzka/ m*/min
Nizke/Stredné/Vysoké
Chladenie dBA
Vykurovanie dBA
Chladenie Tiché prevadzka/Nizke/Vysoké ~ dBA
Vykurovanie Tiché prevédzka/Nizke/Vysoké dBA
Infra. dialkové ovlddanie
Kablovy dialkovy ovladac
RXJ/RXJ
Jednotka Vyska x Sirka x Hibka mm
Jednotka kg
Chladenie dBA
Vykurovanie dBA
Chladenie Nom. ot. dBA
Vykurovanie Nom. ot. dBA
Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
Typ
GWP
Néplri kg/TCO2Ekv
Kvapalina OD mm
Plyn oD mm
Dizka OU-IU  Max. m
potrubia
Dodatoc¢né napln chladiva kg/m
Uroven  IU-OU  Max. m
hladiny
Faza/Frekvencia/Napétie Hz/V
Maximalne istenie (MFA) A

20Ms 25MS 35MS 50Ms 20MwW 25MW 35MW s50Mw
303 x998 x212
12
Demontovatelny/umyvatelny
2,6/4,4/6,6/89 29/48/78 3,6/6,8/89 2,6/4,4/6,6 /89 29/48/78 36/68/89
/10,9 /10,9 /10,9 /10,9
38/63/84 38/63/86|41/69/96 50/81/105 3,8/63/84 38/63/86 |4,1/6,9/9,6 50/81/105
/10,2 /1,0 /124 /12,6 /10,2 /1,0 /12,4 /12,6
54 59 60 54 59 60
56 59 60 56 59 60
19/25/38 20/26 /45 | 25/35/46 19 /25 /38 20/26 /45 | 25/35/46
19 /28 /40 19/28/41 | 20/29/45 | 25/35/47 | 19/28 /40 19 /28 /41 20/29 /45 | 25/35/47
ARC466A9
20M 25M 35M 50N 20M 25M 35M 50N
550 x765 x285 734 x870 550 x765 x285 734 x870
x373 x373
32 50 32 50
59 61 63,0 59 61 63,0
59 61 63,0 59 61 63,0
46 49 48,0 46 49 48,0
47 49 48,0 47 49 48,0
-10 ~46
-15~18
R-32
675,0 675 675,0 675
0,76 /0,52 115/0,78 0,76 /0,52 115/0,78
635 64 635 64
9,50 12,7 9,50 12,7
20 30 20 30
0,02 (pre potrubie s dizkou presahujicou 10 m)
15,0 20 15,0 20

1~/50 /220-240

Obsahuje fludrované sklenikové plyny | Pozrite si samostatny nakres pre prevadzkovy rozsah | Pozrite si samostatné nakresy s elektrickymi tdajmi
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PERFORNMANCE
A

www. eurovent-certification. corm

Spolo¢nost Daikin Europe N.V. sa zicastiuje programu
certifikacie Eurovent pre jednotky Fan Coil a systémy s
variabilnym prietokom chladiva. Pozrite si pokracujlicu platnost
certifikdtu na webovej stranke: www.eurovent-certification.com

Aktudlna publikécia sltzi iba na informativne Ucely a nepredstavuje zavaznu ponuku spolo¢nosti Daikin Europe N.V.
Spolocnost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikacie podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava ani

vyslovnd, ani implicitnt zaruku za Gplnost, presnost,

spolahlivost alebo vhodnost na urcity Gcel jeho obsahu

a tu prezentovanych produktov a sluzieb. Technické tidaje sa mdzu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia
Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame skody v
najsirsom zmysle slova vyplyvajtice alebo tykajlice sa pouzivania alebo interpretacie tejto publikacie. Cely obsah je
chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Daikin Europe N.V.





