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Perfera 
Hea välimus ning veelgi 
sujuvam õhuvool
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Uue Perfera omadused

	› Jahutuse ja kütmise sesoonse tõhususe väärtused kuni A+++.
	› Kiirkütte abil saate kodu kliimaseadme käivitamisel kiiresti soojaks.  
Sättetemperatuur saavutatakse 14% kiiremini kui tavalise kliimaseadmega (ainult kaheosalise 
süsteemiga).

	› Comfort+: täiuslik mugavus ühtlase temperatuurijaotusega ruumis.  
Topelt õhulabad suunavad jahutades õhu lae alla ja kütmisel seinale.

	› Kasutades elektrone, et käivitada õhus levivates osakestes keemilisi reaktsioone, lagundab 
Flash Streamer allergeenid, nagu õietolm ja seenallergeenid ning eemaldab häirivad lõhnad, 
tagades niimoodi parema ja puhtama õhu.

	› Hõbefilter puhastab õhku ning püüab kinni allergeenid nagu õietolm ja tagab ruumis puhta 
õhu.

	› Titaanapatiidiga desodoreeriv filter lagundab näiteks tubakast ja lemmikloomadest tingitud 
häirivad lõhnad.

	› Põhifunktsioonid, nagu temperatuur, töörežiim, ventilaatori kiirus jms on Amazon Alexa või 
Google Assistanti kaudu häälega juhitavad.

	› Vaikne töö: madalaim helirõhu tase on vaid 19 dBA.
	› 3D õhuvool ühendab vertikaalse ja horisontaalse automaatse õhujaotuse, et sooja või jaheda 
õhu vool jõuaks isegi suurtes ruumides igasse nurka.

	› 2 piirkonna liikumisandur: õhuvool suunatakse alati inimestest eemale. 
 Kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt energiatõhusale seadistusele.

Prefera seinaseade
Loodud mugavust silmas pidades

Perfera, aastaringseks kasutamiseks

Soovite, et ruumis oleks mis tahes ilmaga ööpäevaringselt meeldiv olla. Perfera teab instinktiivselt, 
kuidas hoida toatemperatuuri teie elu- või tööruumis sobivaimal tasemel, nii et kõik ruumis 
viibijad saaksid puhata, nautida ja produktiivsed olla. Stiilne esipaneel, sosinvaikne töö ja jahutatud 
või soojendatud õhu täiuslik ringlus muudavad iga ruumi selliseks, et kõik tahavad seal viibida.

Perfera: mugavuse uus tase

Perfera kliimaseadmete valikuga on tagatud parimad võimalused kütmiseks ja jahutamiseks.  
Ideaalsete tingimuste loomiseks kogu ruumis on uuel Perferal nüüd funktsioon Comfort+, mis 
tähendab, et topelt õhulabad suunavad jahutades õhu lae alla ja kütmisel seinale.

UUS
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Täiuslik mugavus

Perfera on pilkupüüdva disainiga stiilne seade, millega saab luua 
täiusliku sisekliima. Kui Perfera abil on saavutatud täpselt teie määratud 
õhutemperatuur, tagatakse topelt õhulabadega edasine ühtlaselt jaotuv 
õhuvool. Uue ehitusega Perfera abil on täiuslik sisekliima tagatud igal 
aastaajal. See on seinale kinnitatav diskreetne seade, mis on peaaegu nagu 
kunstiteos – võib isegi öelda, et meistriteos!

Tehnoloogia ja disaini kooslus 
täiuslikuks sisekliimaks

Topelt õhulabad

Kahe labaga luuakse täpne nurk kitsama õhuvoolu 
saamiseks. See suurendab õhu liikumiskiirust, et see 
jõuaks kaugemale.

Tulemus

Täiuslik sisekliima vähese energiakuluga.  
Topelt labadega surutakse õhuvool läbi labade, et 
see saavutaks suurema kiiruse ja liiguks ülespoole 
(et vältida külma õhu puhumist otse inimeste peale).
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Energiaklass

Võrreldes eelmiste mudelitega on täiustatud ehitusega Perfera veelgi energiatõhusam. Selle sesoonne 
jahutustegur (SEER) on kuni 9,47 ja sesoonne soojustegur (SCOP) kuni 5,20. Sellega on Perfera oma klassi 
parima jõudlusega, selle sesoonne tõhusus on kuni A+++ nii jahutus- kui ka kütterežiimis ja seega on ka 
selle kasutuskulud madalad. 

Perfera on igast küljest energiasäästlikkuse esirinnas.

Räägime energiatõhususest

UUS Perfera kombinatsioonid multi välisseadmega

3MXM52A(9) on võimalik saavutada kuni A+++ energiatõhusus jahutus- ja kütterežiimis*

Kuni A+++  
nii jahutus- kui kütterežiimis

Välisseade Siseseade Energiaklass

3M
XM

52
A

2V
1B

(9
) *

C/FTXM-A Jahutus Küte

1,5 + 1,5 + 3,5 A+++ A+++

1,5 + 2,0 + 3,5 A+++ A+++

1,5 + 2,5 + 3,5 A+++ A+++

2,0 + 2,0 + 3,5 A+++ A+++

2,0 + 2,5 + 3,5 A+++ A+++

2,5 + 2,5 + 3,5 A+++ A+++
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Nutikas
Võimas - vaikne

3D õhuvool
Selle funktsiooni aktiveerimisel kaugjuhtimispuldilt 
suunatakse vertikaalsed ja horisontaalsed õhuvoolud 
toa nurkadeni ka kõige suuremates ruumides, et tagada 
ühtlane temperatuur.

UUS Comfort +
Kahe labaga luuakse täpne nurk kitsama õhuvoolu saamiseks. 
See suurendab õhu liikumiskiirust, et see jõuaks kaugemale. 
Täiuslik sisekliima vähese energiakuluga.  
Topelt labadega surutakse õhuvool läbi labade, et see saavutaks 
suurema kiiruse ja liiguks ülespoole (et vältida külma õhu 
puhumist otse inimeste peale).

Vaikne töö
Perfera kasutab spetsiaalselt välja töötatud ventilaatorit, mis 
tagab optimaalse õhuvoolu, kõrge energiatõhususe ning on 
väga madala müratasemega.

Ventilaator ja soojusvaheti koos annavad parima 
energiatõhususe, kuid töötavad praktiliselt kuuldamatul 
helitasemel. 

Müratase 
Indikatsioon

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

50

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa
140

40

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

100

30
0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

80

19

0 dBa

19 dBa

30 dBa

40 dBa

50 dBa

60 dBa

80 dBa

100 dBa

140 dBa

60

0
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Kiirküte

Kiirkütte abil saate kodu kliimaseadme käivitamisel kiiresti soojaks. Sättetemperatuur saavutatakse 
14% kiiremini* kui tavalise kliimaseadmega (ainult kaheosalise süsteemiga)

Hõbedaga allergeenifilter

Allergeene eemaldav ja õhku puhastav hõbedaga filter on sobiv lahendus, sest see püüab 
pideva puhta õhu juurdevoolu tagamiseks kinni allergeenid, nagu õietolm.

UUS Staatiline õhufilter

Uut õhufiltrit on töödeldud aktiivse ainega (Ionpure), et püüda kinni, vähendada ja 
eemaldada baktereid ning viirusi.

Unikaalne küttefunktsioon

* kiirkütte katsetingimused: klass 50, välistemperatuur 2 °C - sisetemperatuur 10 °C, R/C seadistus: 23 °C

Õhukvaliteet
Flash streamer/ titaaniumapatiidiga deodoriseeriv filter
Flash Streamer kasutab õhus lendlevate osakestega keemiliste reaktsioonide käivitamiseks 
elektrone ja lagundab allergeenid, nagu õietolm ja seenallergeenid, ning eemaldab häirivad 
lõhnad, tagades niimoodi parema ja puhtama õhu.  Ja titaanapatiidiga desodoreeriv filter 
võitleb võimsalt näiteks tubakasuitsust ja lemmikloomadest tingitud lõhnadega.
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Rahulik uni   
uue Perferaga

Öörežiim

Parema une tagamiseks väldib Daikini ööseadistusrežiim öist liigset kütmist 
või jahutamist. Kui taimer on sisse lülitatud, seab seade kütmisel automaatselt 
temperatuuri 2 °C jahedamaks ja jahutamisel 0,5 °C soojemaks. See hoiab 
ümbritseva õhu temperatuuri ühtlasena ning hoiab ära kiired muutused, mis 
võiksid und häirida.

Välisseadme vaikne töö

Vaikse naabruskonna huvides saab kaugjuhtimispuldi abil välisseadme töömüra 
taset vähendada 3dB(A) võrra.

Ökonoomne režiim

Ökonoomne režiim vähendab energiatarbimist ja hoiab ära elektrivõrgu 
ülekoormamise, kui kasutusel on ka muud kodumasinad. Ökonoomse režiimi 
aktiveerimisel väheneb maksimaalne töövõimsus ja energiakulu käivitamisel 
umbes 30%.

Suurem töövahemik

Perfera sobib mis tahes kliimasse ja kuna see töötab temperatuurivahemikus 
-20 °C kuni 50 °C peab see vastu isegi kõige karmimates ilmastikuoludes.

Mitmekesine tootevalik

	› Perferal on suur tootevalik, sealhulgas klass 15 mitmeosaliste süsteemide jaoks
	› Tootesarjas on 8 võimsusega seadmed: klassid 15, 20, 25, 35, 42, 50, 60 ja 71

Kahe- või mitmeosaline süsteem

Perferat saab kasutada ühe ruumi jaoks, kui ühe siseseadmega ühendatakse üks 
välisseade, või mitme ruumi jaoks, ühendades ühe välisseadmega maksimaalselt 
viis siseseadet. Välisseadme saab paigaldada katusele, terrassile või vastu 
välisseina.

2 piirkonna liikumisandurit

Õhuvool suunatakse piirkonda, kus inimesi parajasti ei viibi. Tuvastamine toimub 
kahes suunas: parem ja vasak. Kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt 
energiatõhusale seadistusele.

Rakendus

2

5

8



Paindlik juhtimine 

Siseseadet on lihtne juhtida standardvarustuses oleva infrapuna 
kaugjuhtimispuldiga. See on varustatud ka nädalataimeriga, 
mille abil saab programmeerida seitsmepäevase ajakava nelja 
erineva toiminguga päevas.

Samuti saate Perferat hallata nutitelefonist. 
Oma kodus täiuslikult mugava sisekliima loomiseks on vaja 
lihtsalt luua ühendus Wi-Fi-ga ja laadida alla Onecta rakendus. 

Juhtige maja 
sisekliimat kõikjalt

Kasutajasõbralik juhtimine võrgu kaudu ja häälega

Süsteemi juhtimiseks ja maksimaalse mugavuse nautimiseks saab kasutada  
lihtsalt häälkäsklusi. Põhifunktsioone, nagu sättetemperatuur, töörežiim,  
ventilaatori kiirus ja palju muud, saab hääljuhtida Amazon Alexa või  
Google Assistantiga!

Teie eelised

	› Juurdepääs kõigile sisekliima juhtimise funktsioonidele.
	› Interaktiivse termostaadi abil saab hallata temperatuuri, töörežiimi, 
õhupuhastust ja ventilaatoreid

	› Saate luua erinevaid töögraafikuid ja režiime
	› Jälgida energiakulu
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Perferaga on  elu mugavam  
ja energiatõhsam
Vaata lähemalt skännides QR koodi.

Tõhususandmed FTXM + RXM CTXM15A 20A + 20A9 25A + 25A9 35A + 35A9 42A + 42A 50A + 50A 60R + 60R 71R + 71R
Jahutusvõimsus Min/nom/max kW

Ainult 
mitmeosaline 

süsteem

0,90/2,00/3,00 0,90/2,50/3,80 0,90/3,50/4,40 1,50/4,20/5,20 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50
Küttevõimsus Min/nom/max kW 0,80/2,50/3,50 0,80/2,80/5,00 0,80/4,00/5,50 1,50/5,40/6,20 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0,37 0,48 0,76 1,00 1,36 1,77 2,34

Küte Nom kW 0,50 0,50 0,88 1,29 1,40 1,94 2,57
Ruumijahutus Energiaklass

Võimsus Nimivõimsus kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 9,47 9,25 8,11 7,80 6,90 6,20 
Aastane energiakulu kWh/a 74 92 132 181 224 304 401 

Ruumiküte 
(keskmine kliima)

Energiaklass
Võimsus Nimivõimsus kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,50 4,80 6,20 
SCOP/A 5,20 5,00 4,80 4,30 4,10 
Aastane energiakulu kWh/a 619 647 673 1120 1312 1562 2117 

Nominaalne 
tõhusus

EER 5,35 5,20 4,63 4,20 3,68 3,39 3,03 
COP 5,00 4,55 4,19 4,15 3,61 3,19 
Aastane energiakulu kWh 187 240 378 500 679 885 1172 
Energiatõhususe direktiiv Jahutus/küte A/A B/D

Siseseade FTXM CTXM15A 20A 25A 35A 42A 50A 60R 71R
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 298x804x252 299x998x292

Kaal Seade kg 11,5 14,5

Õhufilter Tüüp Eemaldatav/pestav

Ventilaator Õhuvoolu 
kiirus

Jahutus Vaikne/aeglane/
keskmine/kiire

m³/min 4,9/6,3/8,9/11,9 4,6/7,1/9,4/13,2 5,0/7,2/9,8/13,3 5,9/7,8/10,4/12,7 9,1/11,8/14/16,7 10,0/12,2/15/16,9

Küte Vaikne/aeglane/
keskmine/kiire

m³/min 4,9/6,9/9,2/11,4 5,1/6,9/9,4/11,1 5,3/7,1/10,0/14,0 6,9/8,6/11,5/14,5 11,1/12,4/15,2/16,5 11,6/12,7/15,8/17,7

Helivõimsuse tase Jahutus dBA 54 58 60 60,0

Küte dBA 53 60 59,0 61,0

Helirõhu tase Jahutus Vaikne/aeglane/kiire dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/33/46 30,0/37,0/46,0 32,0/38,0/47,0

Küte Vaikne/aeglane/kiire dBA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/46 33,0/36,0/45,0 34,0/37,0/46,0

Juhtimissüsteemid Infrapuna-kaugjuhtimispult ARC466A86

Välisseade RXM CTXM15A 20A 25A 35A 42A 50A 60R 71R
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm

Ainult 
mitmeosaline 

süsteem

610x923x367 734x954x401
Kaal Seade kg 36 49,0 55
Helivõimsuse tase Jahutus Nom dBA 58 61 62 63 66

Küte Nom dBA 58 60 61 62 60 71
Helirõhu tase Jahutus Nom dBA 46,0 47 48 48,0 47,0

Küte Nom dBA 47,0 49,0 49 49,0 48,0
Töövahemik Jahutus Välis- Min~max °CDB -10~50  -10~50 -10~46

Küte Välis- Min - max °CWB -21~18 -21~18 -15~18
Külmaaine Tüüp/GSP R-32/675,0

Koormus kg / CO2 ekv. tonni 0,95/0,65 0,95/0,65 1,10/0,75 1,15/0,780
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6,4

gaas Välisdiameeter mm 9,50 12,7 15,9 
Torustiku 
pikkus

VP-SP Max m 20 30 
Süsteem Täitmata m 10 

Külmaaine lisatäitekogus kg/m 0,02 (üle 10 m torustiku puhul)
Kõrguste vahe SP - VP Max m 15 20,0 

Toiteallikas Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/220-240
Vool - 50Hz Kaitselüliti maksimaalne nimivool (MFA) A 10 13 16 20 
Töövahemiku jaoks vt eraldi jooniseid | Elektriandmete jaoks vt eraldi joonist | Nominaalne jahutusvõimsus põhineb järgmistel tingimustel. Ruumitemperatuur: 27 °C kuiv termomeeter, 19 °C märg termomeeter, 
välistemperatuur: 35 °C kuiv termomeeter, vastav külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m. | Nominaalsed küttevõimsused põhinevad ruumitemperatuuril 20 °C kuiv termomeeter, välistemperatuur: 7 °C kuiv 
termomeeter, 6 °C märg termomeeter, vastav külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m. | Jahutus: ruumitemp. 27 °C kuiv termomeeter, 19,0 °C märg termomeeter; välistemp. 35 °C kuiv termomeeter, 24 °C märg 
termomeeter; vastav torustiku pikkus: 5 m | Küte: ruumitemp. 20 °C kuiv termomeeter; välistemp. 7 °C kuiv termomeeter, 6 °C märg termomeeter; vastav külmaaine torustik: 5 m | Sisaldab flouritud kasvuhoonegaase| 
Elektriandmete jaoks vt eraldi jooniseid

FTXM-A CTXM-A FTXM-R RXM-R RXM-A

10



Kauni disainiga multi 
välisseade kogu 
tootesarja jaoks

Multi split
Vähem on rohkem!

Vähem paigaldusruumi, vähem 
nähtav, vähem müra

	› Ruumisäästlik: üks välisseade võtab oluliselt vähem ruumi 
võrreldes mitme eraldiseisva süseemiga

	› Paistab vähem silma: ühele seadmele diskreetse asukoha 
leidmine on palju lihtsam kui mitmele

	› Vähem müra: vaid üks töötav seade on palju vaiksem kui 
kaks või enam seadet

Lihtsam paigaldada ja hooldada
Säästate paigaldusvahendite pealt: kuhu te ka välisseadet 
ei paigaldaks, on iga seadme jaoks vaja raami, et seade oleks 
korralikult kinnitatud ja töötaks probleemideta
	› Säästate aega: vaid ühe süsteemi oma kohale paigaldamine, 
juhtmete ja torude ühendamine ning algne seadistamine on 
palju kiirem ja lihtsam

	› Vaid ühe välisseadme kasutamisel kahe või enama asemel on 
tõenäoline, et ka rikkeid esineb vähem

Suurem paindlikkus: ühendada saab 
viis mis tahes tüüpi siseseadet

Multi split süsteemil on mugavuse koha pealt palju eeliseid.
	› Ühe välisseadmega saab ühendada kuni 5 siseseadet
	› Iga siseseadet saab eraldi reguleerida
	› Saate valida Meie Sky Air tootesarja paljude ühendatavate 
siseseadme tüüpide vahel

	› Saate kasutada väikese võimsusega siseseadmeid, mis on 
välja töötatud spetsiaalselt väikeste ruumide jaoks, mille 
saab ühendada ainult multi split süsteemi

	› Kas hiljem on plaanis lisada veel üks siseseade? Valige juba 
nüüd suurema võimsusega välisseade ja lihtsalt ühendage 
see hiljem

Väiksem energiatarve,  
suurem tõhusus

	› Kasutab vähem energiat: meie suured kompressorid 
töötavad tõhusamalt kui mitu väiksemat, mis annavad kokku 
sama võimsuse. Ka ooterežiim säästab oluliselt energiat.

Daikini multi split süsteem pakub ootamatuid võimalusi mugava ja õdusa kodu loomiseks.  
See on lahendus, mis vähendab keskkonnamõju ning on ökonoomne.

Multi süsteem 
jahutamiseks ja kütteks 
(kuni 5 siseseadet)

Sooja tarbevee saamiseks ühendage Multi+ välisseade  
kuni 3 siseseadmega ja 90 l või 120 l boileriga

Multi+ jahutamiseks,  
kütteks ja tarbevee soojendamiseks

2 võimalust

kuni  

5 

siseseadet

kuni  

3 

siseseadet

 

1  

välisseade

 

1  

välisseade
 

1 

veepaak
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3D rakendusega  
saate Perfera seadet  

oma kodus visualiseerida

www.daikin.eu
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Trükis on koostatud ainult teabe edasiandmiseks ja seda ei saa käsitleda 

Daikin Europe N.V. siduva pakkumisena. Daikin Europe N.V. on trükise koostanud 

oma parima teadmise kohaselt. Teabelehe sisu täiuslikkusele, täpsusele, 

usaldusväärsusele ega teatud eesmärgile sobivusele, samuti ei anta siin esitletud 

toodetele ja teenustele ühtegi otsest ega kaudset garantiid. Tehnilisi andmeid 

on õigus muuta etteteatamiseta. Daikin Europe N.V. lükkab selge sõnaga 

tagasi igasuguse vastutuse mis tahes otsese või kaudse kahju eest selle kõige 

laiemas tähenduses, mis tuleneb või on seotud käesoleva trükise kasutamise või 

tõlgendamisega. Kogu sisu autoriõigus kuulub ettevõttele Daikin Europe N.V. 

Trükitud klooriga pleegitamata paberile. Kujundanud La Movida. 
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