P"DAIKIN sLUevoLLTION

Misiunea noastra:

atmosfera
perfecta

Eficienta superioara si 0 gama larga de confort
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Daikin Emura, p. 10

Pentru evolutia confortului pur

Descoperiti confortul
de ultima generatie

Locuinta dvs. meritd doar ce este mai bun. In acest de produse va ofera siguranta alegerii unui produs
moment, ducem confortul la un nou nivel prin fiabil si rezistent, care se integreaza perfect in locuinta
regandirea atmosferei pure cu gama Bluevolution. dumneavoastra. Chiar si atunci cand nu sunteti acasa,

Atunci cand alegeti tehnologiile Daikin, va putetibaza ~ puteti regla cu usurinta temperatura camerei si modul
pe confort, eficientd energeticd, fiabilitate si control pe  de operare cu ajutorul aplicatiei pentru smartphone.
tot parcursul anului. Daikin va ajutd sa creati atmosfera perfecta.

Eficienta sezonierd ridicatd garanteaza confortul pe
timp de iarnd si de varg, la costuri convenabile. Agentul
frigorific R-32 este si mai prietenos decét agentii
frigorifici anteriori. Experienta Daikin si gama larga



BLUEBVOLUTION

Respirati adanc

Atmosfera pura

O multitudine de alegeri

Solutiile Daikin au un design atractiv, sunt silentioase i
eficiente din punct de vedere energetic. Avem solutia
perfecta, fie ca este vorba de o camerd sau de mai
multe.

De ce sa alegeti Daikin?

Noua gama cu agent frigorific R-32 va ofera cea

mai buna solutie din punct de vedere al eficientei
energetice, design si stil. Indiferent daca doriti sa
incdlziti sau sa raciti una sau mai multe camere, avem
un model potrivit, cu unitati de perete sau necarcasate
de plafon fals.

Confort pur:
Ururu Sarara

Climatizarea completd
cu functii de (dez)
umidifcare, purificare a
aerului si ventilare si cea
mai ridicatd eficientd la
incdlzire si racire.

Confort
reprezentativ:
Daikin Emura

Eficientd superioara si
confort cu un design
superior.

Confort inteligent: FTXM-M

Cu un design atractiv, unitatea de perete asigura o
calitate perfecta a aerului interior.




Confort discret: FTXP-KV

Designul modern al panoului frontal se integreazd
perfect in orice interior, inclusiv cu programul de
uscare.

Unitate necarcasata de plafon fals: FDXM-F

Numai grilele de aspiratie si de refulare sunt vizibile.

Alegeti partenerul perfect:
aplicatii pereche si multi

Selectati unitatea exterioara corespunzdtoare pentru a
satisface cel mai bine nevoile dumneavoastra.

In aplicatiile pereche, conectati o unitate exterioara la
0 unitate interioard. Unitdtile multi economisesc spatiu
si pot conecta pand la cinci unitati interioare in mai
multe camere.

Unitati pentru aplicatii pereche

> RXZ-N (in combinatie cu Ururu Sarara)
> RXJ-M (in combinatie cu Daikin Emura)
> RXM-M (in combinatie cu FTXM-M)

Unitati pentru aplicatii multi

> 2MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M,
FDXM-F si cu FTXP-KV)

> 3MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M
si cu FDXM-F)

> 4MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M
si cu FDXM-F)

> 5SMXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M
si cu FDXM-F)



Péna la

in
incdlzire si racire

Eficienta energetica

Crearea unui climat proaspat in locuintd inseamna
mult mai mult decat confortul pur. Sistemele Daikin
sunt rentabile si prietenoase cu mediul.

Agentul frigorific de generatie viitoare, R-32, si
compresoarele optimizate va asigura mentinerea zonei
de confort.

Eficienta sezonierd in incalzire si racire

Folosind agentul frigorific R-32, compresoarele
optimizate si tehnologiile avansate de economisire

a energiei, am reusit sa crestem eficienta energeticad
sezonierd a unitdtilor din gama Bluevolution la un nivel
superior, atat pentru incalzire, cat si pentru racire, pana
la clasa A+++.

Eficienta sezonierd este o noud modalitate de
clasificare a produselor de incalzire si racire in functie
de eficienta lor energetica manifestata pe parcursul
intregului an.

R-32: mai eficient,
mai prietenos cu mediul

Utilizam agentul frigorific R-32, iar unitatea emite un
nivel mai scazut de emisii de CO,.

Acest lucru inseamnd cd are un potential de incdlzire
globald mai scdzut si este mult mai eficienta.

Experimentati confortul
perfect
Extrem de silentioase

Unitatile zgomotoase fac parte din trecut.

Sistemele Daikin sunt aproape imperceptibile.
Bucurati-va de confort pe tot parcursul anului, fard sa
fiti deranjat de zgomot.

Calitate mai buna a aerului cu
Daikin Flash Streamer

Unitdtile Ururu Sarara si FTXM-M furnizeaza atat
incdlzire, cat si racire, purificand aerul pe tot parcursul
anului. Utilizand electroni pentru a declansa reactii
chimice cu moleculele de aer, Flash Streamer elimind
mucegaiul, virusurile sau NOx, oferindu-va aer perfect,
fara alergeni.

> Ururu Sarara
> FTXM-M

H flash streamer
F - ~ ONLY BY DAIKIN

Flash Streamer genereaza electroni de mare viteza



BLUEBVOLUTION

Prezentarea functiilor

Conditii perfecte
in flecare camera

Distributie inteligenta a aerului - Control prin aplicatie

Aparatele de aer conditionat oferd confort in interiorul ~ Nu sunteti acasa? Cu Online Controller nu mai este o

camerelor, prin miscarea aerului proaspat in interiorul problemad. Reglati temperatura camerei, debitul de aer
camerei. Tehnologia Daikin merge si mai departe, sau modul de functionare de pe smartphone, oricand
astfel incat nu veti simti miscarea aerului pe piele. si de oriunde.

In plus, puteti tine consumul de energie sub
Ochiul inteligent pe 2 zone observatie.

Daca padrdsiti camera, sistemul comutd in modul de
economisire a energiei. Cand reveniti, acesta revine
la setarea originald, dar refuleaza aerul la distanta de
corp: fara curenti de aer rece.

=) [ (=]

distanta
Capacitatea se reduce

Refulare 3D a aerului

Temperatura camerei rdmane constantd,
prin combinarea baleierii &

automate pe verticala
si pe orizontald. Aerul
este distribuit uniform
in interiorul camerei siin v
colturi, chiar siin spatiile

largi.

-
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Ururu Sarar

Confort pur

Ururu = umidificare

Temperatura nu poate masura senzatiile din

camera. Termograful

arata distributia
Aerul din jurul nostru contine o anumitd cantitate de temperaturii pe piele
umezeald, cunoscutd ca umiditate. In timpul iernii, un dupa 30 de minute de
aer prea uscat da o senzatie de frig (ceea ce vé poate la intrarea in camerd.

determina sa dati drumul la incalzire in mod inutil),
dureri de gat si piele uscata.
Acesta poate afecta mobilierul, pardoselile din lemn,

&

e
Temperatura 25°C Temperaturd 25°C

< . . . iditate: Umiditate: 50%
cartile si lucrarile de art. Umiditate: 80% iciate:5TR
In aerul cu umezeald, veti avea Comparativ, veti avea o
. ) ) . . Sgs tie d . .
Sistemul inteligent de umidificare al Ururu Sarara senzafia de caldurs, chiar sila o Zenza"zlﬁe mafrecein acr
. . . < « 5 h ezumidificat.
extrage din exterior cantitatea necesara de umezeala. temperatura constanta
Ururu
FTXZ-N + RXZ-N g rar. -
= Sarara s.uevoLuTtion
Eficienta sezoniera (conform EN14825) Unitate interioara Unitate exterioara Agent frigorific
Nivel de presiune . .
Capacitate Capacitate  Clasa . Consum anual _. . . sonora(Mare/Nom./ Nivelde | Nivel de
Date g Ao . . Pdesign SEER SCOP . Dimensiuni s A putere putere
. deracire deincalzire energetica de energie Mica/Functionare N <
privind L sonora sonora
eficienta silentioasa)
s (Pl iten - Giselic) i::;ll;ier/e Racire incalzire i:cé;;;ier/e ixIxa(mm) Récire | Incilzire i::;ll:ierle i::écll:ier/e Tip/ ca'(‘:; *
Max. (kW) Max. (kW) Incalzire (kW) (KWh) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) GWP TC0q)
25 06125/ 0.6/36/ 2,50/3,50 9,54 5,90 92/831 38/33/26/ | 39/35/28/ 54/56 59/59
39 75 19 19
35 0635/ 060/ A+ agh50 | 900 | 573 16/00 20sx79mxa72 HXH 4261200 ey svel | "2 3400
53 9,0 A+++ 19 19 675
0,6/5,0/ 0,6/6,3/ 47/38/30/ | 44/38/31/
50 58 94 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427 2 24 60/59 63/64

Contine gaze fluorurate cu efect de sera
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Sarara = dezumidificare

Exista mai multe modalitati de a raci o
camera pe timp de vara.

In timpul verii, umiditatea ambiantd creste, si asa cum
aerul uscat dd senzatia de mai rece, aerul umed da

senzatia de mai cald, iar camerele par incélzite si ostile.

Cu un sistem traditional, singura optiune este de a
reduce temperatura, irosind energie electrica.

Dar functia inteligenta de dezumidificare a

Ururu Sarara oferd o solutie mai eleganta.

Aceasta transferd umezeala in exces din camers,
mentinand in acelasi timp o temperatura uniformd,
reducand efortul pentru a va oferi o senzatie de
confort.

Ventilare si purificare
a aerului
Aer proaspat chiar si cu geamurile inchise

Spre deosebire de o unitate de aer conditional

conventionald, Ururu Sarara furnizeaza aer curat si

conditionat in camerd, la temperatura doritd, fara nicio
pierdere termica. Filtrul cu autocuratare al unitatii

colecteaza praful si particulele din aer, mentinand aerul

curat si permitand unitatii Ururu Sarara sa functioneze

la eficientd superioard. Tehnologia Daikin Flash Streamer
garanteazad purificarea automata a aerului si eliminarea ﬁ'i
mirosurilor. -

:. flash streamer
=7 ONLY BY DAIKIN

Flash Streamer genereazd electroni de mare viteza,
cu o mare putere oxidativa ™

Prefiltrul capteaza praful

Filtru de dezodorizare absoarbe mirosurile
si le distruge fnainte de returul aerului in

camera

Modelul optim al jetului de
aer pentru locuinta dvs.
Ochiul inteligent pe 3 zone

O camerd trebuie rdcita sau incdlzita numai atunci
cand va aflati in interiorul acesteia. Si nici nu doriti ca
jeturi de aer sa sufle peste invitati atunci cand sunteti
in camera. Din acest motiv, Daikin a dezvoltat "ochiul
inteligent" pentru Ururu Sarara.

Acesta este un detector de miscare, care detecteaza
atunci cand sunteti In camera (si opreste unitatea daca
nu sunteti). De asemeneg, stie si locul in care va aflati
in camerd si directioneazd jetul de aer la distantd de
dumneavoastrd. Este o modalitate inteligenta pentru

a controla temperatura unei camere fird a altera
atmosfera.

Cum functioneaza ochiul
inteligent pe trei zone?

=y

U 0

valoarea de referintd este scazuta si
unitatea este opritd in cele din urma

U
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Daikin E

Confort modern

Daikin Emura are stil

Simpld, minimalista, si supla, unitatea Daikin Emura

a fost proiectata in Europa pentru Europa si oferd o
climatizare eleganta si remarcabild. Dar, deoarece
tehnologia inteligenta permite locuintei sa fie atat de
confortabild, uitati cd unitatea este acolo.

De ce sa alegeti Daikin Emura?

> Design superior cu doud finisaje moderne, in argintiu
si antracit sau in alb mat pur

> Valori ale eficientei sezoniere de panad la A+++

> Nivel de zgomot de panala 19 dB

> Control prin aplicatie pentru smartphone sau o
telecomanda usor de utilizat

> Ochiul inteligent pe 2 zone

> Imperceptibil in modul silentios

> Aer interior de calitate datorita filtrului fotocatalitic
din apatit de titan si noului filtru de purificare a
aerului si de indepadrtare a alergenilor din argint

Design remarcabil

Daikin Emura a castigat prestigiosul premiu
Reddot design 2014, German Design Award -
mentiunea speciald 2015, Focus Open 2014 Silver,
Good Design Award 2014 si premiul iF design 2015.

@ German

Design Award

reddot award 2014 SPECIAL
winner MENTION 2015
\'/ DESIGN
Focus Open 2014 GOOD DESIGN IR
Silver AWARD 2014



Capacitate Capacitate  Clasa
Date o PR s
L. deracire deincalzire energetica
privind
eficienta
Min./Nom./ Min./Nom./  Racire/
Max. (kW) = Max. (kW) Incalzire
2 1,30/2,30/  1,30/2,50/
2,80 430 Attt
% 0,90/2,40/ = 0,90/3,20/
3,30 4,70
35 0,90/3,50/  0,90/4,00/
4,10 5,10 Adt
50 1,40/4,80/  1,10/5,80/
5,50 7,00

Contine gaze fluorurate cu efect de sera

FTXJ-MW/S + RXJ-M

Eficienta sezoniera (conform EN14825)

Pdesign

Racire/
Incalzire
(kw)

2,30/2,10
2,40/2,70
3,50/3,00

4,80/4,60

Unitate interioara
Nivel de presiune

. Nivel de
SEER = SCOP Consuman.ual Dimensiuni son.ota (Mare'INom./ Snfers
de energie Mica/Functionare <
e sonora
silentioasa)
Récire/ . S Racire/
PO S B Racire Incalzire . .
Racire Incdlzire Incalzire [IxIxa(mm) (dBA) (dBA) Incalzire
(kWh) (dBA)
8,73 4,61 92/638 40/34/28/19
38/32/25/19 54/56
8,64 4,60 97/822 41/34/28/19
303x998x212
7,19 4,60 170/913 45/34/26/20 45/37/29/20  59/59
7,02 424 | 239/1.505 46/40/35/32 47/41/35/32  60/60

PDAIKIN

BLUEBVOLUTION

Unitate exterioard Agent frigorific

Nivel de
putere
sonora
Racire/ . Cantitate
LA Tip/
Incalzire GWP (kg/
(dBA) TCO,Eq)
61/62
Ray 09006
675
63/63
1,30/0,9

*Nota: campurile albastre contin date preliminare

1


Lara
Sticky Note
Marked set by Lara
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Confort inteligent

'
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EEREREREUGERE

Eﬁoenta energeUca DeS|gn european
de pana la A+++ pentru locuinte europene
min Unitatea FTXM-M se evidentiaza datorita tehnologiei Daikin FTXM-M este o unitate de aer conditionat
incalzire de ultima generatie si inteligentei integrate. Astfel, cu un design atragator, discreta ce se potriveste cu
si racire unitatea functioneaza mereu la cele mai ridicate preferintele europene cu privire la designul interior.
standarde, cu valori ridicate ale eficientei energetice Sistemul split de aparate de aer conditionat de perete
sezoniere de pana la A+++ in rdcire si incélzire. respectd standardele tehnice europene, la care se

adauga functii impresionante.

Aproape imperceptibila

E mai usor sd fii tu insuti intr-o atmosfera linistita.
Daikin FTXM-M functioneaza atat de silentios, incat
aproape veti uita ca e acolo.




Aer mai proaspat si mai
curat cu confort controlat

Daikin oferd incaperii un plus de confort prin curdtarea
aerului si distribuirea acestuia. Aerul este circulat

prin filtrul fotocatalitic de purificare pentru a elimina
mirosurile. Apoi filtrul DAIKIN Flash Streamer distruge
virusurile sau mucegaiul inainte de a elibera aerul pur
in camerad. Jetul de aer 3D circuld aerul atat pe verticala,
cat si pe orizontald. Pentru un confort imbunatatit,
ochiul inteligent pe 2 zone directioneaza aerul la
distanta de dumneavoastra atunci cand sunteti in
camerd si comutd in modul de economisire a energiei
atunci cand nu mai sunteti in camera.

Tehnologia Flash Streamer : e
Virus, Alergen pe bazd de polen,
Tnainte si dupd iradiere fnainte si dupd iradiere

Virusurile si alergenii
au fost asezate pe

electrodul unitatii

de descércare a
fascicolului de iradiere
Alergeni fungici, Alergenii de la animale, si au fost fotografiati
inainte si dupd iradiere inainte si dupd iradiere prin intermediul unui
microscop de electroni,
dupa iradiere. (Entitate
de testare: Yamagata
University si Wakayama

Medical University)

= - FTXM_M + RXM_M BLUEVOLUTION

Eficienta sezoniera (conform EN14825) Unitate interioara  Unitate exterioari Agent frigorific
. . < Nivel de Nivel de
Date Capaflt.ate Ca!)ac:ta.t € Clasa. « Pdesign SEER scop Consuman.ual Dimensiuni  putere putere
.. deracire deincalzire energetica de energie < N
privind sonora sonora
eficienta o o < s % s
Min/Nom./ Min/Nom./ Racire/ - rocre/ L L | Radre/ | Racire/ | Radre/ | Cantitate
Max. (kW) Max. (kW) Incalzire Incalzire Racire Incalzire Incélzire IxlIxa(mm) Incalzire Incélzire = Tip/GWP (ka/TCO,Eq)
: . (kW) (kWh) (dBA) (dBA) RIS
20 13/2,0/26 = 13/25/35 2,00/2,30 8,53 83/632 57/-
60/- 1,2/0,8
25 13/25/32 | 13/2,8/47 A+++ 2,50/2,40 8,52 510 103/659 57/-
272x811x294
35 1,4/3,5/40 @ 1,4/4,0/52 3,40/2,50 8,51 140/686 60/- 61/- 1,4/1,0
R-32/
42 17/42/50 @ 17/54/6,0 4,20/4,00 7,50 196/1.217 61/- 1,3/0,9
460 675
50 1,7/502/53 | 1,7/58/6,5 5,00/4,60 733 239/1.400 60/- 63/-
A++ 1,5/1,0
60 6,00 7,00 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.498  295x1.040x300 61/-
7 7,10 8,20 6,80/6,20 6,11 3,81 390/2.278 62/- 66/- 1,711

Contine gaze fluorurate cu efect de sera PRV . . .
Noté: campurile albastre contin date preliminare
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Eficienta
si confort de varf

> Panoul frontal discret si modern se integreaza usor in
perete, asortandu-se cu toate elementele de decor

interior

Unitate necarcasata de plafon
fals de dimensiuni compacte

> Dimensiunile compacte permit instalarea in goluri
inguste din tavan (avand o indltime de numai

> Imperceptibil in modul silentios

¢

> Controler online (optional): controlati unitatea

200 mm)

» Se armonizeazd discret in tavan: numai grilele sunt
vizibile

interioard din orice locatie prin aplicatie,
retea locald sau internet

> Programul uscare permite reducerea nivelurilor de

umiditate fara variatii ale temperaturii camerei

= FTXP-KV

Eficienta sezoniera (conform EN14825)

» Consum scdzut de energie
> Programul uscare permite reducerea nivelurilor de
umiditate fara variatii ale temperaturii camerei

BLUEVOLUTION

Unitate interioara

Unitate exterioara Agent frigorific
Nivel de presiune

. . < < Nivelde  Nivel de
Date Capaflt.ate CaPacJta.te Clasa. . Pdesign SEER SCOP Consuman.ual Dimensiuni son.ota (Mare.INom./ putere putere
.. deracire deincalzire energetica de energie Micé/Functionare N <
privind P sonora sonora
eficienta silentioasa)
o o o < . @il
Min./Nom./ Min/Nom./ Ricire/ = recre/ .~~~ Racre/ Ricire | Incalzire | hacire/ | Récire/ | o Cantitate
Max. (kW) Max. (kW) Incalzire Incalzire Racire Incalzire Incalzire 1xIxa(mm) (dBA) (dBA) Incalzire = Incalzire (kg/
: : (kw) (kWh) (dBA) (dBA) TCO,Eq)
25 39/33/25/20 38/34/28/23 Disponibila
55/55 numai R32/
35 Disponibila numai pentru aplicatii multi model 286x770x225 40/33/26/20 40/34/28/23 pentru 5
aplicatii
50 43/34/27/20 43/35/29/26  58/58 ~ multi model
F DX M - F BLUEVOoLUTiION
Eficienta sezoniera (conform EN14825) Unitate interioara Unitate exterioars Agent frigorific
Nivel de presiune " A
Capacitate Capacitate  Clasa . Consum anual _. . . sonora(Mare/Nom./ Nivelde | Nivel de
Date < s o s . . Pdesign SEER SCOP . Dimensiuni - . putere putere
L. deracire deincalzire energetica de energie Mica/Functionare N -
privind IR sonora sonora
. silentioasa)
eficienta Racire/ Racire/ Racire/ Racire/ Cantitate
b Ly LAY |- GEEl) Incdlzire = Raicire incilzire Incilzire TxIxa(mm) it el Incdlzire = Incalzire Tip/ (kg/
Max. (kW) Max. (kW) Iincilzire (kW) (KWh) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) GWP TCO,Eq)
25
200x750x620  35/33/27 | 35/33/27 53/53  Disponibila
35 numai R-32/
Disponibila numai pentru aplicatii multi model pentru o7
50 38/36/30 55/55 aplicatii
200x1.150x620 38/36/30 multi model
60 38/35/30 56/56

Contine gaze fluorurate cu efect de sera
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Instalare flexibila —

=
=

&

Aplicatii pereche:

0 singurd unitate exterioara pentru fiecare camera

Aplicatii multi:

solutia optima la racirea sau incdlzirea mai multor camere

alegerea eleganta

Racire cu eficienta A+++

Concepute cu compresoare mai eficiente si agent
frigorific R-32, cele mai multe unitati isi pot reduce
consumul cu pana la 80%.

Unitatile exterioare si unitatile interioare conectabile

Unitate exterioara Agent frigorific

2MXM40M
2MXM50M
3MXM40M
3MXM52M
3MXM68M
4MXM68M
4MXM80M
5MXM90M

(dBA)
60
61
59
59
61
61
62
66

Nivel de
putere
sonora
Récire/

Incalzire

Tip/
GWP

R-32/
675

Cantitate

(kg/
TCO,Eq)

Daikin Emura FTXJ-

MwW/s
25 35
. .
. °
. .
. °
. .
. °
. °
. °

Unitati exterioare multi

care economisesc spatiu

La o unitate exterioara multi puteti conecta pana la
cinci unitdti interioare. Acestea reprezintd solutiile
optime pentru toate nevoile de racire si incalzire a mai
multor camere.

CTXM-M

Unitate de perete

FTXM-M

-

42

50

60 71

BLUEVOLUTION

Unitate necarcasata de plafon fals

FTXP-KV FDXM-F

20 25 35 25 35 50 60

° ° (] () ()

L] L] L] L] L] L]
[ ) o
L] L] L]
[ ] [ ] ° L]
L] L] L] L]
[ ] [ ] L] L]
L] L] L] L]

*Notd: campurile albastre contin date preliminare
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EUROVENT

Eurovent pentru echipamente de racire a lichidelor (LCP),
centrale de tratare a aerului (AHU), aparate de ventilatie (FC)

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL - Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO-014459 Bucuresti, Romania - Tel.: 0040/21/307 97 - 00 - e-mail: office@daikin.ro - www.daikin.ro
Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare

- CERTIFIED
PERFORMANCE

tification. com

WWW. eurovent-cr

ECPRO16 - 004

\LO¥Ds
v 5
Gy
o

1509001 + 150 14001 Imprimat pe hartie alba fara clor.

si sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF)
Verificati valabilitatea continua a certificatelor online accesand:
www.eurovent-certification.com sau: www.certiflash.com.

06/16
Prezenta publicatie este doar informativa si nu reprezintd o oferta cu caracter de obligativitate din partea Daikin
‘ia-t"c‘ﬁ Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcatuit continutul acestei publicatii cat mai adecvat posibil. Nu se ofera niciun
fel de garantie, explicita sau implicitd, cu privire la completitudinea, acuratetea, gradul de incredere sau adecvarea
pentru un anume scop a continutului brosurii sau a produselor si serviciilor prezentate aici. Specificatiile pot
fi modificate fara o notificare prealabila. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice raspundere legald pentru
orice pierderi directe sau indirecte, in cel mai larg sens, ca rezultat al utilizrii sau in legdtura cu utilizarea si/sau
interpretarea acestei publicatii. Intregul continut cade sub incidenta drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.



