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Komfort pocas
celého roka

Optimalne rieSenia na vykurovanie

a chladenie pre vas domov




Preco si vybrat Daikin

Tepelné cerpadla

Od obnovitelnych po spalovacie technolégie
Vzdy pod kontrolou

Ktory systém by ste si mali vybrat?

Tepelné Cerpadlo typu vzduch-vzduch Daikin
Daikin Emura

Ururu Sarara

Nexura

Multi splitové Daikin riesenia

Nizkoteplotny systém Daikin Altherma
Vysokoteplotny systém Daikin Altherma
Daikin Altherma Hybrid

Tepelné Cerpadlo vyuzivajuce energiu
podzemnych zdrojov Daikin Altherma
Tepelné Cerpadlo na pripravu teplej pitnej vody
Kotly

Daikin, vas prispevok zivotnému prostrediu

Déverujte spolo¢nosti Daikin

Bez ohladu na velkost vasho domu, ¢ mate
novostavbu alebo rekonstruujete, mame pre vas
systémy, ktoré vam zabezpecia idealnu klimu.
Realiza¢na firma certifikovana spolo¢nostou Daikin
vam odporuci vykurovaci systém s najdlhsou
zivotnostou a najnizsimi prevadzkovymi nakladmi.
Poradi vam aj systém s najlepSou kombinaciou

komfortu a environmentalnej zodpovednosti.

V tejto brozure najdete informacie o tepelnom

Cerpadle - najucinnejsom systéme pre vnutorny
komfort.

Tato Spickova technologia vam poskytne
pozadovanu vnutornd klimu s minimalnym

dopadom na zivotneé prostredie.



PreCo si vybrat Daikin?

Komfort Energeticka Ucinnost

M Ponukame Siroky sortiment produktov a vzdy poskytneme ideélne M
rieSenie pre vas domov

M Nase jednotky vytvaraju komfortnd vnutornd klimu bez neprijemného hluku

Ovladanie

M Nase zariadenia méZzete ovlddat odkialkolvek cez jednoduchu aplikaciu na
vasom smartfdne alebo dialkovym ovladacom

K K K

Sme zodpovednou spolo¢nostou, ktora chrani zivotné prostredie

a zameriavame sa na to, aby sme boli sucastou zdravého ekosystému
Preto su vsetky nase produkty navrhnuté tak, aby fungovali s vysokou
ucinnostou pocas celého roka

Nizka spotreba energie nasich produktov znamend pre vés nizsie ucty za
energiu o

Nase tepelné cerpadla spliaju najprisnejiie eurdpske normy na ‘
. . P . . sy e e ,  SEASONALEFFICIENCY
meranie energetickej U¢innosti, znamej tieZ ako sezénna téinnost

Spolahlivost

M Nase produkty st zndme svojou spolahlivostou, rovnako ako Daikin servis



Tepelné Cerpadla

riesenie pre tych, ktori myslia na buducnost

Tepelné cerpadlo je systém urceny na ziskavanie a prepravu tepla, ktory vdm umoziuje udrziavat stalu vnutornu teplotu pocas celého roka.
Tepelné ¢erpadld Daikin Altherma sa vam postaraju aj o pripravu teplej pitnej vody.

Obnovitelny zdroj

Tepelné Cerpadld ziskavaju teplo z vonkajsieho vzduchu aj v chladnom pocasi.
ViyuZivaju elektricky kompresor a st mimoriadne ucinné pri vykurovani bytu alebo
domu. Tepelné éerpadlé Daikin su tiché, nenépadné a vyuZivaju najmodemejéiu

Cerpadla Dalkm pochadza az 80% spotrebovanej energie na vykurovanie vasho

domu z vonkajsieho prostredia — bezplatného a obnovitelného zdroja! Pri chladent

funguje systém opacne a vyuziva teplo ziskané z vnutorného prostredia.

80%
z okolitého
vzduchu

O

100%

energie

20%
elektricka
energia
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Staly cyklus

Chladivo cirkuluje v zatvorenom okruhu systému a prenasa teplo z vonkajsieho
prostredia do vnutorného (v pripade vykurovania) alebo naopak, odobera teplo
zinteriéru v pripade chladenia.

» Vyparnik umozriuje chladivu ziskavat teplo z vonkajsieho vzduchu premenou
kvapaliny na plyn.

» Elektricky kompresor potom stlaci plyn, ktory zvysi svoju teplotu.

» Kondenzator nésledne pri ndvrate plynu do kvapalného stavu umoznuje preniest
jeho teplo do systému vykurovania.

» Expanzny ventil znizuje tlak chladiva, ¢im sa spusta novy cyklus procesu vyparovania.
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1. Vykurovanie
V zimnom obdobi zachytava chladivo cirkulujuce
v systéme teplo z vonkajsieho prostredia a prenadsa

ho do vykurovacieho systémul.

2. Priprava teplej pitnej vody
Niektoré tepelné Cerpadla, ako Daikin Altherma,
umoznuju celoroc¢né vyuzivanie pripravy teplej pitne;

~ vody v celom dome!

3. Chladenie

Pocas leta funguje systém opacne: chladivo
systémovom okruhu absorbuje teplo z miestnosti

a vypusta ho vsetko von.

4. Prepojenie
Vzdy pod kontrolou — ovlddajte svoju vnutornu klimu

kdekolvek a kedykolvek pomocou smartfonu.




Od obnovitelnych po
spalovacie technologie

Vdaka spickovej technoldgii dokaze Daikin ponuknut vzdy tie

najucinnejsie produkty v kazdom segmente

1. Tepelné Cerpadlo typu vzduch-vzduch

Tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch ziskava teplo z vonkajsieho prostredia a potom
ho vypusta ako teply vzduch do obytného priestoru. Pocas leta je tento proces
obréteny: teplo zvnutra sa vypusta a prendsa von. Tento systém zarucuje stalu
teplotu pocas celého roka.

Podrobnejsie informacie najdete na strane 10.

2. Tepelné Cerpadla typu vzduch-voda
Aj tepelné cerpadlo typu vzduch-voda ziskava teplo z vonkajsieho vzduchu. Tento
systém prendsa teplo do vnutra cez vodny okruh. Tepelné cerpadlo vzduch-voda

umozZriuje aj pripravu teplej pitnej vody a v lete ho méZeme vyuZivat na chladenie.

Tento systém ponuka stabilnu teplotu v miestnosti pocas celého roka.
Podrobnejsie informacie najdete na strane 16.

3. Podzemny zdroj-voda - geotermalne tepelné ¢erpadlo

Tepelné ¢erpadlo typu podzemny zdroj-voda ziskava teplo z podzemnych zdrojov.

Princip geotermiky pozostava zo ziskavania tepla z podzemnych zdrojov a jeho
premenou na teplo pre vykurovanie domu. Vyhodou geotermiky je, Ze ziskana
energia nezavisi od slnka ani vetra a je najstalejsia.

Podrobnejsie informécie najdete na strane 18.

4. Hybridné tepelné Cerpadlo

Vonkajsia
jednotka

Vnutornd jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové vykurovanie/
chladenie alebo radiator
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Parova kombindacia: systém
pre jeden priestor, kde je jedna
vnutornd jednotka pripojena

k jednej vonkajsej jednotke.

Vonkajsia
jednotka

Vnutornd jednotka
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Vnutorna
jednotka
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1 Vonkajsia
jednotka
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Az do devét vnutornych jednotiek

Kombinécia viacerych
jednotiek: zakladny systém

je rovnaky ako pri parovej
kombindcii. Jedinym rozdielom
je moznost pripojit az

9 vnutornych jednotiek

k 1 vonkajsej jednotke. Ak sa
zmenia vase potreby, zmeni

sa aj systém. Dalsie vnutorné
jednotky je mozné nainstalovat
aj postupne.



NOVE

Hybridné tepelné cerpadlo kombinuje technoldgiu tepelného cerpadla
vzduch-voda s technoldgiou kondenzacného kotla vyhladdvanim optiméineho
hospodarenia v zvislosti od konkrétnych prevadzkovych podmienok.

Hybrid Multi: Hybrid Multi je kombindcia multi-split systému a hybridného
tepelného cerpadla a je to kompletné riesenie na kombinaciu klimatizéacie

a pripravy teplej pitnej vody. Hybrid Multi systém, kompatibilny s nasim
sortimentom Split jednotiek, radidtorov a podlahového vykurovania je
inteligentnym rieSenim na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody pre
komfortnu klimu pocas celého roka.

Podrobnejsie informacie najdete na strane 20.

5. Kondenzaény kotol

Kondenzac¢ny kotol vytvéra teplo spalovanim plynu. Na maximalny ucinok
spalovania sa rekuperuje teplo z vodnych vyparov vytvaranych spalinami, ktoré sa
pouzivaju na predhrievanie privadzanej vody, ¢im sa zniZuje spotreba energie.
Podrobnejsie informacie najdete na strane 24.

6. Olejovy kondenza¢ny kotol

Olejovy kondenzacny kotol vytvara teplo spalovanim oleja. Na maximalny uc¢inok
spalovania sa rekuperuje teplo z vodnych vyparov vytvéaranych spalinami, ktoré sa
pouZivaju na predhrievanie privadzanej vody, ¢im sa zniZuje spotreba energie.
Podrobnejsie informécie najdete na strane 25.
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Online ovladac¢ Daikin

Vzdy pod kontrolou. Ovladajte svoju vnutornu

klimu kdekolvek a kedykolvek

Jednoducho pripojte svoju jednotku k sieti Wi-Fi a stiahnite si aplikaciu na
zmenu termostatu, planov nastavenej teploty, monitorovanie spotreby
energie a vytvorenie svojho vlastného prietoku vzduchu typu Ak toto,
potom tamto”. Daikin online ovlada¢, ktory je kompatibilny s nasim
sortimentom Split jednotiek a vykurovacich rieSeni, je idedlny na ovladanie
klimy pocas celého roka.
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Vas domov

Na tejto obrazovke néjdete prehlad
vietkych miestnosti a jednotiek vo
vasom domove. Tu mate pristup ku
vsetkym funkcidm a mozete centrélne
ovladat az 50 jednotiek naraz.
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Jednotlivé miestnosti

Nastavte teplotu, prevadzkovy rezim,
Cistenie vzduchu a ventilatory pre
jednotlivé miestnosti interaktivnym
termostatom.
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Casovac Viyuzivanie energie

Vytvorte rézne plany az so 6 akciami
denne na 7 dnf a aktivujte konkrétne

prevadzkové rezimy.

lkony védm pomdzu rozpoznat miesta,

kde mozete usetrit.

IFTTT

if this then that

Ak toto, potom tamto

Naprogramujte si svoju jednotku
podla svojho Zivotného Stylu. MozZnost
pripojenia k rbznym spotrebicom

cez platformu IFTTT a takto mozete

na dialku ovladat vsetky zariadenia

vo svojom dome. Priklad: Ak odidete

z domu, vasde vykurovanie sa vypne.



Sortiment BLUEVOLUTION

Myslime na buducnost

Od roku 2025 bude eurdpska smernica F-plyn predpisovat pouzivanie chladiv Stary priatel, ktory nerobi problémy

s GWP (Global Worming Potential - potenciél pre globalne oteplovanie) pod 750

pre vietky parové klimatizacné systémy Split s ndpliiou chladiva do 3 kg. Chladivo PouZivanie R-32 nie je Uplne nezndme, pretoze R-410A je zmes 50% R-32

R-410A (GWP 2 087,5) bude aj nadalej dostupné pre iné aplikacie a udrzbu. a 50% R-125. Medzi daldie vyhody pouzivania jednozloZzkového chladiva R-32
patria zabranenie problémom s l&manim a klzanim a jednoduchsie dopliianie

Daikin prvykrat uviedla chladivo R-32 na trh v roku 2012. Je velmi atraktivne vdaka  a recykldcia.

nizkej hodnote GWP 675, konkurencieschopnej energetickej Ucinnosti a cenovej

dostupnosti. Od roku 2016 ponuka Daikin unikatny sortiment Bluevolution Split Manipuldcia podla vasich potrieb: Rozhodnut sa pre sortiment Bluevolution je
a multi jednotiek, ktoré ako byva u Daikinu zvykom, stanovuju standard pre jednoduché, pretoZe poskytuje podobné prevadzkové tlaky ako R-410A, je tu
rezidencné klimatizacné jednotky. Inteligentny a novy dizajn kombinuje 3pickovu moznost doplfania v tekutom aj plynnom stave a dostupné st nastroje vhodné
Gcinnost a dokonaly komfort. pre zariadenia s R-32 aj R-410A.



Ktory systém by ste

si mali vybrat?

Aké je pre vas najlepsie rieSenie?

> Najlepie riedenie pre vés je také, ktoré dokonale spiiia vaie poziadavky a je
konkrétne urcené pre vas dom

» Ci uz staviate novostavbu alebo rekonstruujete start farmu, Daikin ponuka
konkrétne riesenia, ktoré podla velkosti a rozloZenia optimalizuju Uc¢innost

> Vietko je mozné kombindciou vykurovania, chladenia, pripravy teplej pitnej vody
s alebo bez solérnej energie

> Realiza¢na firma s Daikin certifikdciou véam poméze pri spravnom vybere

Pre novostavby alebo velke rekonstrukcie

1. Chcete podlahové vykurovanie alebo nizkoteplotné radiatory/
konvektory.

Spolo¢nost Daikin odporuca:

na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody:

Nizkoteplotny systém Daikin Altherma (strana 16)

na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody: Tepelné ¢erpadlo vyuzivajuce
energiu podzemnych zdrojov Daikin Altherma (strana 22)

2, Chcete urcity priestor rychlo vykurit alebo schladit

Spolo¢nost Daikin odporuca:

na vykurovanie a chladenie: Tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch Daikin (strana 10)
na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody:

Tepelné ¢erpadlo Daikin Altherma Hybrid + multi (strana 21)

Pre nahradu alebo optimalizaciu
existujuceho kotla

1. Chcete vymenit vykurovaci olejovy kotol, ale chcete si ponechat
existujuce radiatory.

Spolo¢nost Daikin odporuca:

na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody:

Vysokoteplotny systém Daikin Altherma (strana 18) alebo Tepelné ¢erpadlo
vyuzivajuce energiu podzemnych zdrojov Daikin Altherma (strana 22)

2. Chcete vymenit plynovy kotol, ale chcete si ponechat existujuce
radiatory.

Spolo¢nost Daikin odporuca:

na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody:
Tepelné cerpadlo Daikin Altherma Hybrid (strana 20)
na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody:

Plynovy kondenzacny kotol Daikin (strana 24)

3. Chcete urcity priestor rychlo vykurit alebo schladit.

Spolo¢nost Daikin odporuca:

na vykurovanie a chladenie: Tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch Daikin (strana 10)
na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody:

Tepelné cerpadlo Daikin Altherma Hybrid + multi (strana 21)

4. Chcete len teplu pitnd vodu.
Spolo¢nost Daikin odporuca:

na pripravu teplej pitnej vody: Tepelné ¢erpadlo na pripravu teplej pitnej vody
Daikin (strana 23)



Tepelné Cerpadla vzduch-vzduch Daikin:

Novy zmysel klimatizacie: ziskajte dokonaly komfort s nasimi stylovymi jednotkami,
sirokym sortimentom modelov a jednoduchym ovladanim cez aplikaciu

Nastennd jednotka Daikin Emura -
prepracované funkcie aj tvar

Oceneny eurdpsky dizajn s dvoma
elegantnymi povrchovymi Upravami
v striebornej a antracitovej alebo
snehobielej matnej farbe. Ovldadanie
dialkovym ovladacom s jednoduchym
ovlddanim alebo cez aplikaciu

v smartfone.
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Ururu Sarara -
najlepsia z najlepsich

Nova drovery domyselnosti

v klimatizacii — ma pat spdsobov Upravy
vzduchu na vytvorenie dokonalého
komfortu.

Komfortna nastenna jednotka

Nastennd jednotka s najnoviou
technoldgiou tepelného cerpadla. Jej
vysokokvalitné prevedenie a diskrétny
dizajn ju robf idedlnym riesenim pre
vietky miestnosti v dome.

Neviditelna kanalova jednotka

S kanalovou jednotkou su veci ¢isté
a bez zbytocnosti. Je dostatocne
kompaktnd, aby sa vosla do kazdého
interiéru a je mozné ju nendpadne
nainstalovat, aby boli viditelné len
nasavacie a vyfukovacie otvory.

Nexura — parapetna jednotka

UZivajte si to najlepsie z oboch svetov —
tato Ucinna parapetna jednotka ponuka
vdaka svojmu salavému prednému
panelu komfort navyse pocas
chladnych dnf.



Klasicka parapetna jednotka

Tato jednotka je dostato¢ne nizka na
instalaciu pod parapetom okna, oproti
stene alebo na zapustenu instalaciu. Je
mimoriadne ticha a ucinne rozptyluje
vzduch a teplotu po miestnosti.

Vdaka funkcii sdlavého tepla je velmi
oblibenou vykurovacou alternativou.

Parapetno podstropna
Flexi jednotka

Tuto mimoriadne flexibilnt jednotku
je mozné namontovat tak, aby ¢o
najviac vyhovovala vasim potrebdm.
Pri montdzi na stenu alebo pod oknom
nezaberd viac miesta nez bezny
radiator. Pripadne sa moze zavesit pod
strop napriklad aj v podkrovi, kde je
obmedzeny priestor na stenach.




Daikin Emura

Forma. Funkcia. Novy zmysel.

PDAIKIN

emura

Daikin Emura definuje najnovsi dizajnovy trend v chladeni, vykurovani a ¢isteni Preco si vybrat Daikin Emura

vzduchu. Elegantné prevedenie a Stylovy vzhlad robia z jednotky Daikin Emura
najlepsie vyzerajucu klimatiza¢nu jednotku na trhu. Potvrdzuju to aj medzindrodné > Spi¢kovy dizajn s dvoma elegantnymi povrchovymi Gpravami v striebornej

uznania za dizajn ziskané na prestiznych sutaziach - iF Design Award, Reddot za a antracitovej alebo snehobielej matnej farbe
rok 2014, Nemecké ocenenie za dizajn — Special Mention, Focus Open 2014 Silver » Vysoké sezdnne Ucinnosti az do triedy A+++
a Good Design Award 2014 > Velmi tichd prevadzka s hlu¢nostou len 19 dB(A)

» Ovlddanie pomocou aplikécie v smartféne alebo dialkovym ovliddacom
s jednoduchym ovladanim

7 < o [0

German

GOOD DESIGN Design Award DESIGN
reddot award 2014 AWARD 2014 Focus Open 2014 SPECAL AWARD

winner Silver MENTION 2015



Urwuru
e e
Sarara

Preco si vybrat Ururu Sarara?

Systém Daikin Ururu Sarara prindsa do klimatizacie novu Uroven sofistikovaného
ovladania. Disponuje piatimi spdsobmi Upravy vzduchu na vytvorenie dokonalého
komfortu. Okrem toho, rad Ururu Sarara mé triedu A+++ pre SEER a SCOP vdaka
svojmu energeticky U¢innému kompresoru a vymenniku tepla. Za svoju inovativnu
technoldgiu aj dizajn bol v roku 2013 oceneny prestiznou cenou Red Dot.

Ururu Sarara sa jednoducho ovldda pomocou aplikacie v smartféne alebo
dialkovym ovladacom s jednoduchym ovladanim.

=

reddot design award
winner 2013

5 spésobov upravy vzduchu

1 Vykurovanie aj chladenie v jednej jednotke pre celoro¢ny komfort s najvyssou
dostupnou energetickou triedou

2 Funkcia Ururu doplna v zime vihkost do vzduchu, aby udrZala komfortny pocit
bez nepotrebného vykurovania

3 Funkcia Sarara v lete odobera nadmernu vihkost a zaroven udrZiava
rovnomernu teplotu, ¢im eliminuje potrebu dalsieho chladenia

4 Vetranie — Cerstvy vzduch aj pri zatvorenych oknach

5 Cistenie vzduchu a automatické ¢istenie filtra pre neustéle ¢isty vzduch bez
alergénov

Zvlh¢ovanie
Odvlh¢ovanie

&

Vetranie
s privodom
Cerstvého

E
= =

Vykurovanie/chladenie Cistenie

vzduchu



Nexura

Cisty komfort a dizajn

NexXura

Nexura otvéra svet komfortu. Chlad letného vanku a Utulnost extra zdroja tepla
prinesie do vasho Zivotného priestoru pocit pohodlia po cely rok. Tato stylova
jednotka je vybavena prednym panelom, ktory sala dalsie teplo pre este vacsi
komfort pocas chladnych zimnych dni. Vdaka velmi tichej prevadzke a funkcii
sdlavého tepla s obmedzenym prietokom vzduchu vytvara odzu pohodlia.

Parapetna jednotka so salavym panelom

» Predny sélavy panel pre optimalnu distribuciu tepla v miestnosti

» Celoro¢né optimélne pohodlie

» Extrémne tichd prevadzka: do 19 dB(A)

> Nizky prietok vzduchu

> Stylovy dizajn decentne splyva s vnitornym zariadenim interiéru

» Ovlddanie pomocou aplikécie v smartféne alebo dialkovym oviddacom
s jednoduchym ovladanim




Riesenia multi systémov Daikin

Viykurovanie a chladenie roznych priestorov

jednou vonkajsou jednotkou

K multi systému je mozné pripojit r6zne typy vnutornych

jednotiek. Je mozné kombinovat aj r6zne vykony. Takto

Novy systém Daikin mini VRV IV séria S je mozné vybrat idedlnu vnutornu jednotku pre spaliu, i
s obyvacku, kancelariu alebo inti miestnost podla velkosti

M d |y, a |e miestnosti alebo osobnych poziadaviek.

VYSO koucin ﬂy Velka instala¢na flexibilita a $iroky vyber ) )

Novy systém Daikin VRV IV séria S ponuka to > Velmi Siroky sortiment vonkajsich jednotiek, ku ktorym je f] {
najucinnejsie klimatizacné rieenie VRV vobec. mozné pripojit az 9 vnutornych jednotiek vratane hybridného —

Vdaka svojej kompaktnej velkosti je mozné ho tepelného Cerpadla h
instalovat za parapet alebo na balkén, kde je » Vsetky vnutorné jednotky je mozné ovlddat samostatne
obmedzeny priestor. Aj napriek svojej velkosti > Nendpadné a robustné vonkajsie jednotky je mozné
ponuka maximalny komfort, ic¢innost a inteligentné jednoducho namontovat na strechu, terasu alebo na
ovladanie, prisposobené vasim potrebam. vonkajsiu stenu

> Je mozné kombinovat rézne typy vnutornych jednotiek
> Nizka hlu¢nost a vysoka energeticka ucinnost




Preco si vybrat

nizkoteplotny systém Daikin Altherma

Energeticky ucinné vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody pre novostavby a nizkoenergetické domy

Komfort

Vykurovanie

Tepelné Cerpadld ziskavaju existujuce
teplo z vonkajsieho prostredia, vdaka
¢omu bude vykurovanie vasho domu
mimoriadne energeticky uc¢inné

Chladenie

Tepelné cerpadld, napéjané
obnovitelnou energiou ochladzuju vas
domov bez spotreby velkého mnozstva
energie

Tepld voda

Nizkoteplotny systém Daikin Altherma
s jednym tepelnym cerpadlom vyuZiva
obnovitelnu energiu na pripravu
dostato¢ného mnozstva teplej pitnej
vody az pre 6 0s6b

Prepojenie

Vzdy pod kontrolou — ovladajte
svoj vykurovacf systém kdekolvek
a kedykolvek

Energetickd Uc¢innost

Napdjané obnovitelnou
energiou

Ziskavanim obnovitelnej energie

z vonkajsieho prostredia dokéze

nas nizkoteplotny systém Daikin
Altherma vykurovat, ochladzovat

a ohrievat vasu tepld vodu a dodavat

75%
z okolitého
vzduchu

O

ju pre vés udrzatelnym spdsobom. 100%
» 75% obnovitelnej energie ziskanej energie

7o vzduchu a 25% z elektrickej

energie 25%
» Pre vykurovanie dosahuje triedu eleenlgrr;l;a

energetickej u¢innosti A++
» Volitelny soldrny systém méoze vytvorit
az70% energie, ktoré vase tepelné cerpadlo a kotol potrebuju

Spolahlivost

» Flexibilné riesenia: parapetnd jednotka split, ndstenna jednotka split a monoblok

» Pre hygienu vody na najvyssej Urovni vyuziva princip ECH,0"

> Na zabrdnenie hromadenia fadu vyuziva pokrocilé technolégie a protimrazovd
ochranu



Nizkoteplotny systém Daikin Altherma ponuka Siroky sortiment, ktory vyhovie vsetkym vasim potrebam

> Najlepsie sezédnne uUcinnosti, ktoré poskytuju najvyssie Uspory prevadzkovych nakladov
> Dokonalé rieSenie pre novostavby aj nizkoenergetické domy

/\ Parapetna jednotka so zabudovanym zasobnikom na teplu pitnd vodu

o Kompaktny a este so zaru¢enym 100% komfortom

» Vietky komponenty a pripojenia su pripravené vo vyrobe

> Pri montaZi je potrebna velmi mala zastavana plocha

> Minimalna spotreba elektrickej energie so stalou dostupnostou teplej
pitnej vody

> Moznost bi-zony: rovnaka vnutornd jednotka automaticky reguluje
dve teplotné zény

Nastennad jednotka

Vysoka flexibilita pri montazi a pripojeni systému pripravy

teplej pitnej vody

> Kompaktna jednotka s malym instala¢nym priestorom — nie su
potrebné takmer Ziadne bo¢né odstupy

> Moznd kombindcia so samostatnym zasobnikom na tepld pitnd vodu
az do 500 | s moznostou pripojit alebo nepripojit soldrny systém

*

Priprava teplej pitnej vody je délezitym

E c H O faktorom pri dosiahnuti dokonalého komfortu

2 doma. So sortimentom tepelnych zasobnikov
Daikin ECH20 mozete sa kedykolvek spolahnut
f na okamzitu teplu vodu. Sortiment energeticky

ko m fO rt p I p ravy ucinnych zasobnikov ECH20 s jednoduchou

inStalaciou udrzuje vysoké standardy hygieny

te p | EJ p It n EJ VOd y a bezpecnosti vody.

Integrovany zasobnik ECH,0"

Maximalizovanie vyuzitia obnovitelnej energie

a ponuka najvyssieho komfortu v priprave teplej pitnej

vody

» Soldrna podpora na pripravu teplej pitnej vody

» Lahky plastovy zasobnik

» Moznost bivalentného systému: kombindcia so sekundarnym
zdrojom vykurovania

» K dispozicii ovlddanie cez aplikaciu

Vonkajsia jednotka Monoblok

Dokonalé riesenie pre obmedzeny priestor

» Kompaktny monoblok na vykurovanie a chladenie s volitelnou
pripravou teplej pitnej vody

» Bezproblémovéa montaz: potrebujete len pripoj vody
a elektrickej energie

» Protimrazové ochrana zabezpecuje spolahlivi prevadzku az do
- 25°C vonkajsej teploty

» Princip cerstvej vody: Priprava teplej vody na vyZiadanie znamena stély pristup k Cerstvej
vode a zaroven zabranovanie riziku kontaminacie a sedimentacie

> Optimalny ohrev teplej pitnej vody: Pomaly narast teploty zabrariuje nahlym teplotnym
poklesom a umozniuje stabilny prietok teplej vody

> Riesenie pre buducnost: Moznost pripojenia k soldrnemu systému a inym tepelnym
zdrojom, napr. krbu alebo existujucemu kotlu

> Moznosti flexibilnej instalacie: lahky, robustny, jednoduchy na manipulaciu a s moznou
kombinaciou dostupného pripojenia k sérii tepelnych ¢erpadiel, ktoré funguju ako jedno

(jednoducha kaskada)



Preco si vybrat

vysokoteplotny Split systém Daikin Altherma

Vysokoteplotny Split systém Daikin Altherma je dokonalym vykurovacim rieSenim na modernizaciu starého systému vykurovania a pripravy teplej pitnej
vody. Dosiahnete Usporu nakladov a vyssiu energeticku tc¢innost bez vymeny existujticeho potrubia a radiatorov
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Vedla seba

Na sebe

Komfort

Najlepsie rieSenie pre rekonstrukcie
Vlysokoteplotné tepelné ¢erpadla typu vzduch-voda su idedlnym riesenim pre
rekonstrukcie a vymenu starych kotlov.

> Jednoduchéd vymena: opdtovné vyuzitie existujiceho potrubia/radidtorov

> Kratsi ¢as instalacie

> Vnutornu jednotku a zasobnik na teplud pitnd vodu je mozné umiestnit na seba
a tym je potrebny len obmedzeny priestor na instalaciu

> Nie je potrebné menit existujuce radidtory a potrubie, kedze teplotu vody je
mozné ohriat az do 80°C na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody

Ci uz chcete pripravovat len teplu pitnd vodu alebo vyuZivat aj soldrnu energiu,
Daikin ponuka Siroky sortiment prislusenstva:

Nerezovy zédsobnik na teplu pitnd vodu
Zasobnik teplej pitnej vody je mozné umiestnit na vnutornu jednotku a usetrit tak
priestor alebo ho polozit vedla nej, ak je k dispozicii vacsi priestor.

> Dostupny v objemoch 200 a 250 litrov
> U¢inné zvysenie teploty: z 10°C na 50°C len za 60 minut*
*Test sa uskutocnil s vonkajsou jednotkou s vykonom 16 kW pri okolitej teplote 7°C a s 200-litrovym zasobnikom

Tepelny zasobnik ECH,O™: ispory pri priprave teplej pitnej vody
solarnou energiou

Skombinujte tepelné ¢erpadlo Daikin Altherma s tepelnym zésobnikom a znizte
svoje ndklady na energiu vyuzivanim obnovitelnej energie zo sinecnych IUcov. Je
urceny pre malé aj velké domy a mézete si vybrat medzi beztlakovym a tlakovym
systémom pripravy teplej pitnej vody.

“Viac informécii najdete na strane 17

Energeticka ucinnost

Napajané obnovitelnou energiou

N&s vysokoteplotny systém Daikin Altherma vyuzivajtci na 65% obnovitelnt
energiu zo vzduchu a na 35% elektrickd energiu, vykuruje a pripravuje teplu pitnu
vodu s triedou energetickej U¢innosti A+.

Spolahlivost

Vysokoteplotny Split systém Daikin Altherma optimalizuje svoju technolégiu,

aby poskytol spolahlivy komfort pocas celého roka aj v tych najextrémnejsich

klimatickych podmienkach.

» Vykony od 11do 15 kW

» Nizke prevédzkové naklady a optimalny komfort aj pri tych najchladnejsich
vonkajsich teplotach vdaka unikatnemu kaskadovému kompresoru

» Funguje s existujucimi vysokoteplotnymi radidtormi az do 80°C bez dalsieho
zélozného ohrievaca



geeeee Solarny kolektor

Vnutornd jednotka a
zasobnik na teplu Uzitkovd vodu

Kaskadova technoldégia Vysokovykonny ohrev v 3 krokoch na dosiahnutie
teploty vody 80°C bez pouzitia dalsieho zélozného
ohrievaca

Vonkajsia Vnutorna
Krok 1
- — — 1
|
|
|
|
|
|
< —_ = — 4
] Vonkajsia jednotka ziskava 2 Vnutorna jednotka 3 Okruh s chladivom
teplo z okolitého vonkajsieho zvysuje teplotu prendsa teplo do
vzduchu. Toto teplo sa pomocou chladiva vodného okruhu
prenasa do vnutornej R-134a

jednotky cez chladivo R-410A




Preco si vybrat

tepelné Cerpadlo Daikin Altherma Hybrid

Tepelné cerpadlo Daikin Altherma Hybrid je idealne rieSenie pri vymene starého plynového kotla.

832 mm 307 mm

735 mm

-

Vonkajsia jednotka
s tepelnym cerpadlom

Vnutorna jednotka
s tepelnym cerpadlom
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Komfort

Vykurovanie
Tepelné Cerpadlo Daikin Altherma Hybrid automaticky urci najhospodarnejsiu
a energeticky najucinnejsiu vykurovaciu kombinaciu

> Prevadzka tepelného cerpadla: najlepsia dostupna technoldgia na
optimalizovanie prevadzkovych nékladov pri priemernych vonkajsich teplotach

» Hybridna prevadzka: plynovy kotol aj tepelné ¢erpadlo funguju stcasne, aby
poskytli dokonaly komfort

> Prevadzka plynového kotla: pri vyraznom poklese vonkajsej teploty sa
jednotka automaticky prepne do rezimu plynového kotla

Tepla voda
Vymennik tepla so zdvojenym okruhom plynového kondenza¢ného kotla zvysuje
ucinnost pripravy teplej vody az 0 15% v porovnani s beznymi plynovymi kotlami

Chladenie
Zactlente chladenie do kompletného riesenia, ktoré sa bezproblémovo napoji na
vase podlahové vykurovanie alebo radidtory

Rychla a jednoducha montaz
Vnutornd jednotka aj plynovy kondenzacny kotol sa doddvaju ako samostatné
jednotky, preto je manipuldcia s nimi a ich instaldcia a prevadzka jednoduchsia

Investi¢né vyhody

» Kombindcia s existujucimi radidtormi — znizuju sa néklady a nekomplikuje sa
instalacia

> Pokrytie tepelnej zataze az do 27 kW robf tuto jednotku idedlnou pre
rekonstrukcie

> Moznost pripojenia fotovoltaickych solarnych panelov na optimalizovanie
spotrebovanej elektrickej energie

Energeticka ucinnost

Idedlna kombinacia

Tepelné cerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberd medzi rezimom
tepelného cerpadla alebo plynového kondenza¢ného kotla s moznostou
spoloc¢nej prevadzky, a vyberie pre prevadzku vZzdy ten najuspornejsi rezim

v zavislosti od vonkajsej teploty, cien za energiu a vnutorného tepelného
zatazenia.

Napdjané obnovitelnou energiou

Pri prevadzke v reZime tepelného Cerpadla je systém napajany obnovitelnou
energiou zo vzduchu a dokaze dosiahnut energeticku tcinnost az do triedy
A++.

Tepld pitnd voda pripravena technolégiou kondenzacného kotla
Unikatny vymennik tepla so zdvojenym okruhom zvy3uje i¢innost az o 15%
v porovnan{ s beznymi plynovymi kotlami

» Studend voda tecie priamo do vymennika tepla
» Optimélna a nepretrzita kondenzacia spalin pocas pripravy teplej pitnej vody

Spolahlivost

» Nizke investi¢né naklady: nie je potrebné vymienat existujuce radidtory
a potrubie

> Nizke prevadzkové naklady na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody

» Kompaktné rozmery

> Idedlne rieSenie pre rekonstrukcie

» Jednoducha a rychla instaldcia



Tepelné Cerpadlo Daikin Altherma Hybrid
+ multi

Tepelné cerpadlo Daikin Altherma Hybrid mozete tiez skombinovat

s multi systémom vzduch-vzduch a poskytovat tak optimalne chladenie.
Kombindacia Daikin Altherma Hybrid a multi systému sa jednoducho
instaluje a ovlada cez aplikaciu v smartféne alebo tablete a tvori systém
vetko v jednom na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej pitnej vody.

—  Viaceré funkcie

M Vybaveny technolégiou Bluevolution
M 3,4 a5 portov pre multi vonkajsie jednotky

M Moznost kombinacie s réznymi vnitornymi jednotkami Split:

> Daikin Emura

» FTXM

> FTXP

> FDXM

> FVXM

Jeden port je mozné pouzit na pripravu teplej pitnej vody

M Ovladanie s aplikaciou online ovladac¢a Daikin e
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Preco si vybrat

tepelne Cerpadlo vyuzivajuce energiu podzemnych zdrojov Daikin Altherma

Tepelné cerpadlo vyuzivajuce energiu podzemnych zdrojov Daikin Altherma vyuziva stabilnu
geotermalnu energiu a invertorovu technolégiu tepelnych cerpadiel Daikin na vykurovanie a pripravu
teplej pitnej vody vo vietkych klimatickych pasmach.

24

728 mm x 600 mm x 1 800 mm

Komfort

Rychla a jednoducha montaz

> Uplnou integraciou modulu tepelného ¢erpadla a vo vyrobe namontovaného
zasobnika na teplu pitnu vodu sa skracuje doba instalacie

» Kvoli dostupnosti sa potrubné pripojky umiestriuju v hornej ¢asti jednotky

» Lahkd jednotka sa jednoducho prepravuje a instaluje

Kompaktny dizajn

> Vnutorna jednotka nie je vacsia nez priemerny doméci spotrebic a perfektne sa
hodi do kazdej standardnej miestnosti

» Vyzaduje si len 10 mm bocny priestor

Energetickd u¢innost

Nase tepelné ¢erpadlo vyuZivajlice energiu podzemnych zdrojov Daikin Altherma,
napajané na 80% obnovitelhou energiou a na 20% elektrickou energiou,
vykuruje a pripravuje teplt pitnt vodu s triedou energetickej uc¢innosti A++.

Spi¢kova invertor technoldgia je sucastou vybavy

N&s invertor Daikin G¢inne reguluje otadcky motora a zniZuje spotrebu energie az
do 30%. Namiesto vydavania daldej energie spustanim a zastavovanim invertor
radsej upravuje otacky motora, aby bola jeho dlhodobé prevadzka plynula

a ucinnejsia.

» Zvysuje teploty solanky v prevédzke pri ¢iastocnej zatazi

» Znizuje prevadzku zélozného ohrievaca na minimum

» Dosahuje vyssie prevadzkové Ucinnosti pri ¢iastotnom zataZeni



Spolahlivost

Pre novostavby a velké rekonstrukcie

Ziskavanim energie zo zeme su tieto tepelné Cerpadlad mimoriadne spolahlivé aj
v tych najchladnejsich podnebiach. Teploty v zemi zostavaju pocas celého roka
pomerne stabilné, preto je toto idealny zdroj obnovitelnej energie.

Spolahliva reguldcia klimy

Tepelné Cerpadld vyuZivajlce energiu podzemnych zdrojov ziskavaju horizontalne
aj vertikdlne obnovitelnu energiu z tepla v zemi. Instalécia si vyzaduje pozemok,
ale z dlhodobého hladiska vyrazne znizuje vypustanie vasich uhlikovych emisif

a pomaha vam usetrit néklady za energiu.

Vertikélna sonda

Horizontélna sonda

25
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Preco si vybrat

ECH.0

tepelné Cerpadlo na pripravu teplej pitnej vody

Tepelné cerpadlo na pripravu teplej pitnej vody je idealnou nahradou za elektricky zasobnik na teplu pitnd vodu na

okamzitu tepld vodu.

z Komfort

Princip Cerstvej vody:

> Priprava teplej vody na vyZiadanie znamena stély pristup k Cerstvej vode

> Minimalne uloZené mnozstvo teplej pitnej vody zabranuje kontaminacii
a sedimentacii

Jednoduchd instalacia

> Bez tlaku v zdsobniku vody a obmedzeny tlak vo vymenniku tepla

> Jednoducha udrzba: neexistujica andda znamend neexstujuci vodny kamer
a koroziu

> Kompaktné a navrhnuté s pridavnym ovladanim na jednoduchu instalaciu
audrzbu

Spolahlivost

» Zélozny elektricky ohrievac (2,5 kW) zaistujte teplu vodu za kazdych okolnosti.
Zasobnik na 500 | mo&ze byt tiez vybaveny externymi zdloznymi hydraulickymi
komponentmi

» Tepelny zasobnik ECH,O" je ur¢eny na poskytovanie Cerstvej, zdravej a bezpecne
teplej pitnej vody

> Len pouZitim tepelného Cerpadla méze teplota vody dosiahnut az 55°C a jej
priprava je zaruc¢ena az do teploty -15°C

“Viac informécii ndjdete na strane 17

V[ Energeticka Gcinnost

» Tepelné ¢erpadlo ziskava obnovitelnd energiu na pripravu teplej pitnej vody
z vonkajsieho vzduchu
» Zvyste Usporu energie a U¢innost pripojenim jednotky k solarnym panelom

Polypropylénové oplastenie
odolné proti korézii a ndrazom

>
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Nerezovy vymennik tepla na
pripravu teplej pitnej vody

-
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=
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Polyuretanova izolacia
od5cmdo8cm




Preco si vybrat

plynovy kondenzacny kotol

Plynové kondenzacné kotle Daikin su najlepSou moznostou ako nahradit existujuci kotol za energeticky ucinnejsiu
a nakladovo Uspornejsiu alternativu. Tepelny zasobnik GCU ECH, O aj nastenny kotol poskytuju spolahlivy vykon,
ucinné vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody.

Komfort

Plynové kondenzacné kotle Daikin
ponukaju dokonaly komfort. Optimélne
vykurovanie zabezpecuje bezproblémovu
prevadzku spolahlivého vykurovania pocas
celého roka aj v tych najextrémnejsich
poveternostnych podmienkach.
Kombinaciou ndsho sortimentu, ako aj so
samostatnym zasobnikom ECH.0 tank’, je
mozné okamzita pitna voda.

“Viac informécii ndjdete na strane 17

Plytvanie
energiou

93% Ucinnost

BeZné kombinované kotle:

vo faze odparovania sa vodné
vypary vypustaju cez dymovod
aignoruje sa ich skupenské

teplo.

\\\\\\\\[|:|

Energeticka
Uucinnost

Technolégia kondenzacného kotla
Viyuzivanim skupenského tepla

v spalinach dosahuje nasa technoldgia
kondenzacného kotla 0 107% vyssiu
energeticky ucinnost vyuzitim
obnovitelnej energie na pripravu teplej
pitnej vody.

150°C |2
Z

= Spaliny

Uspora
energie

I
\\\"\|:|
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Spolahlivost

Jednoduchd instalacia a udrzba
Vsetky diely su pristupné z prednej
¢asti. Maju jednoduchu udrzbu vdaka
plynovému spalovaciemu systému
Lambda Gx — plne elektronickou
kombinaciou plyn-vzduch. Systém
Lambda Gx je kompatibilny

S nastennymi a parapetnymi
jednotkami.

= Spaliny

109% ucinnost

Plynové kondenzacné kombinované
kotle: pred vypustenim sa spaliny zrazaju
s pritekajucou vodou. Vdaka tomu sa
skupenské teplo vo vodnych vyparoch
potom uvolfuje.

ALTARAREARARARTARERNRRAEARRAR NN
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Daikin, vas prispevok
Zivotnému. prostrediu

Pri vybere klimatiz?@nej jedn@}/ Daikin myslite aj na

zivotné prostredie. Pri'Wrob!fepelnYch Cerpadiel

robime maximum pre recyklaciu, znizovanie odpadu
a vyuzitie obnovitelnej energie. Spolo¢nost Daikin
sa okrem toho ddasledne vyhyba pouzivaniu olova,
ortuti, kadmia a inych materidlov Skodlivych pre

Zivotné prostredie.




- a

;-

Doverujte spoloCnost
Daikin

Znacka Daikin vdm mozno doteraz vobec nebola zndma. Predsa len nevyrdbame

autd, televizory, chladnicky ani umyvacky riadov. Ale vyrdbame $pickové tepelné
¢erpadla. V skuto¢nosti su po celej Eurdpe, v Strednom vychode Azii, Amerike

a Afrike nainstalované miliény zariadenfi Daikin.

V Daikine sa sustredujeme na to, ¢o ndm ide najlepsie: vytvaranie najucinnejsich
rieSenf vykurovania, vetrania a klimatizacie, ktoré su povestné svojou dizajnovou
vynimocnostou, kvalitou a spolahlivostou.

Preto sa mozete spolahnut, ze vam Daikin ponukne ten najlepsi komfort a vy sa
moZete bez obdv venovat inym doéleZitym veciam.
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Spolo¢nost Daikin Europe N.V. sa zicastiuje programu certifikacie
Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia (LCP), VZT jednotky
(AHU), jednotky Fan Coil (FCU) a systémy s variabilnym prietokom
chladiva (VRF). Platnost trvajlcich certifikdtov si méZete pozriet
online: www.eurovent-certification.com alebo na adrese:
wwwi.certiflash.com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-certification. corm

Aktudlna publikacia sltzi iba na informativne tcely a nepredstavuje zavaznu ponuku spolocnosti Daikin Europe
N.V. Spolo¢nost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikécie podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava
ani vyslovnd, ani implicitnd zaruku za Uplnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity tcel jeho obsahu

a tu prezentovanych produktov a sluZieb. Technické tidaje sa mézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame skody

v najsirsom zmysle slova vyplyvajlice alebo tykajtice sa pouzivania alebo interpretacie tejto publikacie. Cely obsah
je chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Daikin Europe N.V.

Aktudlna publikdcia nahrddza ECPSK14-000. Vytlacené na nechlérovanom papieri.



