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perfecta

Informatii pentru utilizatorii finali:
eficienta superioara si 0 gama larga de confort
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Pregateste-te

Pentru evolutia confortului pur

Descopera confortul de
ultima generatie

Locuinta ta. merita doar ce este mai bun. In acest
moment, ducem confortul la un nou nivel prin
regandirea atmosferei pure cu gama Bluevolution.
Atunci cand alegeti tehnologiile Daikin, te poti baza pe
confort, eficientd energeticd, fiabilitate si control pe tot
parcursul anului.

Eficienta sezonierd ridicatd garanteaza confortul
pe timp de iarna si vara, la costuri convenabile.

Agentul frigorific R-32 este mai prietenos cu mediul
decat agentii frigorifici anteriori. Experienta de mai
multi ani a Daikin si gama largd de produse iti ofera
siguranta alegerii unui produs fiabil si rezistent, care

se integreazd perfect in locuinta ta. Chiar si atunci
cand nu esti acasd, poti regla cu usurinta temperatura
camerei si modul de operare cu ajutorul aplicatiei
pentru smartphone. Daikin te ajuta sa creezi atmosfera
perfecta.



BLUEBVOLUTION

Respira adanc

Atmosfera pura

. . . Confort pur:
O multitudine de alegeri Ururu Sarara
Solutiile Daikin au un design atractiv, sunt silentioase Climatizarea completd
si eficiente din punct de vedere energetic. Daikin - cu functii de (dez)

are solutia perfectd, indiferent daca este vorba de o umidificare, purificare a
camera sau mai multe. aerului si ventilare si cea
mai ridicata eficientd la
incdlzire si rdcire.

De ce sa alegi Daikin?

Noua gama Daikin cu agent frigorific R-32 iti oferd cea

mai bund solutie din punct de vedere al eficientei

energetice, conceptiei si elegantei. Indiferent daca

doresti sd incdlzesti sau sa rdcesti una sau mai multe )

camere, Daikin are un model potrivit, cu unitdti de ' Surpriza:
perete sau necarcasate de plafon fals. Stylish
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Unde inovatia
intalneste creativitatea

Confort modern:
Daikin Emura

Eficientd superioard si
confort cu un design
superior.
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Confort inteligent:
Perfera

Design de perete atractiy,
Cu o calitate perfectd a
aerului interior

Confort discret:
Comfora

Designul modern al
panoului frontal se
integreaza perfect in
orice interior, inclusiv cu
programul de uscare.

Raport bun calitate-
pret: Sensira

Unitate de perete pentru
consum redus de energie
si confort placut.

Unitate necarcasata
de plafon fals:
FDXM-F3

Numai grilele de aspiratie
si de refulare sunt vizibile.

Unitate de
pardoseala: FVXM-F

Unitate de pardoseald
pentru confortul optim al
incalzirii datorita fluxului
dual de aer

Alege partenerul perfect:
aplicatii pereche si multi

Selecteaza unitatea exterioara corespunzdtoare pentru a
satisface cel mai bine nevoile tale. In aplicatiile pereche,
conectati o unitate exterioara la una interioara. Unitdtile
multi economisesc spatiul si pot conecta pana la cinci
unitati interioare in mai multe camere.

Combina aerul conditionat cu o
incalzire optima si cu confortul
apei calde:

Pompa de cdldura hibridd Daikin Altherma.
Tehnologia hibrida combind gazul

si pompa de caldura aer-apa pentru
incdlzire si producerea de apa calda

Pentru aplicatii comerciale:

Unitatile interioare Sky Air

Alegi intre o caseta cu jet circular si una perfect platd,

unitate necarcasata de pardoseala sau suspendata in plafon.
L1~
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BLUEBVOLUTION

Pana Iam

inincalzire si
racire

De ce sa aleqi
Daikin?

Eficienta energetica

Crearea unui climat proaspat in locuintd inseamna
mult mai mult decat confortul pur. Sistemele Daikin
sunt rentabile si prietenoase cu mediul. Agentul
frigorific de ultima generatie R-32 si compresoarele
optimizate iti asigurd confortul optim.

Eficienta sezoniera pentru incalzire si racire

Gama de tehnologii avansate de economisire a
energiei de la Daikin oferd performante sezoniere
ridicate in ceea ce priveste incalzirea si racirea pand la
A+++, iar compresoarele noastre swing reproiectate
sunt mai eficiente. Eficienta sezonierd este un nou
mod de a clasifica produsele de incdlzire/racire pe baza
eficientei lor energetice pe parcursul unui an intreg.

R-32: mai eficient, mai prietenos cu mediul

Daikin utilizeaza agentul frigorific R-32, iar unitatea

emite un nivel mai scazut de emisii de CO,. Acest lucru
Inseamna ca respectivele unitati au un potential redus
de incdlzire globald si sunt mai eficiente per ansamblu.

Experimenteaza
confortul perfect

Extrem de silentioase

Unitatile zgomotoase reprezintd lucruri din trecut.
Sistemele Daikin sunt aproape imperceptibile. Bucura-
te de confort pe tot parcursul anului, fard sd fii deranjat
de zgomot.

Calitate mai buna a aerului cu
Daikin Flash Streamer

Unitdtile Ururu Sarara si Stylish si Perfera de la Daikin
furnizeaza atat incalzire, cat si racire, purificand aerul
pe tot parcursul anului. Utilizand electroni pentru

a declansa reactii chimice cu moleculele de aer,
tehnologia Flash Streamer distruge virusurile, lasandu-

ti aerul perfect, fard alergeni.
@’H flash streamer
F - ONLY BY DAIKIN

Electroni de mare viteza generati de Flash Streamer



Distributie inteligenta a aerului

Aparatele de aer conditionat oferd confort camerelor,
prin miscarea aerului proaspdt in jurul acestora.
Tehnologia Daikin merge si mai departe, astfel incat nu
vei simti miscarea aerului pe piele.

Senzor termic inteligent

Dupd determinarea temperaturii curente a camerei,
senzorul termic inteligent distribuie aerul uniform in
camerd nainte de a trece la un model al fluxului de
aer care sa directioneze aerul cald sau rece in zonele in
care este nevoie de el.

Efectul Coanda

Efectul Coanda optimizeaza fluxul de aer pentru un
climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special
concepute, un flux de aer mai bine directionat permite
o distributie Imbunatatitd a temperaturii in intreaga
camerd. Unitatea determind modelul fluxului de aer in
functie de solicitarea de incdlzire sau racire a camerei.
Prin crearea a doud modele diferite ale fluxului de

aer, previne curentii de aer si oferd o temperatura mai
stabild si mai confortabild pentru ocupantii camerei.

Senzor de detectare a miscarii in 2 zone

Daca parasesti camera, sistemul comutd in modul de
economisire a energiei. Cand revii, acesta se intoarce la
setarea originald, dar refuleazad aerul la distantd de dvs.:
fara curenti de aer rece.
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distanta
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Refulare 3 D a aerului

Capacitatea este redusa

(0]

Temperatura camerei ramane constantd, prin
combinarea baleierii automate pe verticald si

pe orizontald. Aerul este distribuit uniform in tot
ansamblul camerei si ajunge in colturi, chiar si in
spatiile mai mari.
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Control permanent, oriunde te-ai afla

Aplicatia Daikin Online Controller poate controla si monitoriza starea sistemului de
incalzire sau pand la 50 unitati de aer conditionat split. Vei putea:

Monitoriza:
> Starea aparatului de aer conditionat sau a sistemului de incalzire
> Consulta graficele de consum al energiei

Controla:

> Modul de functionare, temperatura setatd, viteza ventilatorului si modul putere,
functia de directie a aerului si filtrarea (streamer)

> De la distantd, sistemul si apa caldd menajerd

> Controlul zonelor: controlezi mai multe unitdti in acelasi timp (numai cu functia
bizonald integrata la Split si Daikin Altherma)

Programa:

> Programezi temperatura setatd si modul de operare
CuU pana la 6 actiuni pe zi timp de 7 zile

> Activezi modul vacanta

» Vizualizezi intr-un mod intuitiv

> Integrezi produse si servicii terte prin IFTTT

> Controlezi cererea/puterea limitati puterea
(numai pentru Split)




Daca...atunci...

Programezi unitatea pentru a reflecta stilul tdu. de viatd. Utilizand platforma IFTTT pentru a te
conecta la diferite aparate electrocasnice, poti controla toate elementele unei locuinte de la
IFTTT distanta. De exemplu: Daca parasesti casa, incalzirea se va opri.

it this then that

IFTTT: alcatuieste propriul flux de lucru

IFTTT este o solutie care conecteazd produse si servicii terte compatibile (contoare inteligente,
lumini, termostate, ...), astfel incat acestea sd functioneze cel mai bine pentru tine.

In cadrul IFTTT se pot realiza 2 tipuri de operare;

> DO: pur si simplu executd o actiune (de exemplu: pornire/oprire)
> IFTTT este acronimul de la If This Then That (dacd.., atunci...). Solutia iti permite sa automatizati
actiuni (atunci..) in functie de anumite elemente declansatoare (daca..)

Exemplu

-

Elementul declansator este locatia, determinata de smartphone.
Daca pérasesti o zona, cum ar fi casa ta., de exemplu, incélzirea se va opri automat.

R v v . o a v . .
DACA parasesti o zond, ATUNCI incdlzirea se va opri. ;
—

Aplicatie cu interfatad intuitiva
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Controlezi modul de Programezi temperatura Monitorizezi consumul de Identifici camerele din
functionare, temperatura, setatd, modul de energie, setati programul locuinta
purificarea aerului, viteza functionare si viteza de vacanta

si directia ventilatorului ventilatorului



Service

Service: instrumente pentru asistenta tehnica

Daikin

Crearea climatului interior perfect inseamna mult mai mult decat achizitia si instalarea unui produs. Este
vorba, de asemenea, despre obtinerea confortului, eficientei energetice, fiabilitatii si controlului pe tot
parcursul anului. La Daikin, oferim o selectie de servicii de asistenta tehnica si intretinere pentru a iti
garanta functionarea la performanta optima a produsului pe intreaga durata de utilizare.

O instalatie optima la un cost minim

Cu ajutorul serviciilor de asistenta tehnicd, o instalatie
bine intretinutd atinge:

M O eficient energetici ridicata
M Un ciclu de viata mai lung

[V Respectarea celor mai recente cerinte legale si de
reglementare

Furnizor si prestator de servicii

De la selectarea solutiei corecte de climatizare la
pornirea, monitorizarea si intretinerea acesteia, Daikin
este pregdtita sa iti ajute in fiecare etapd a procesului.
Chiar dacd nu ai o instalatie Daikin, poti beneficia de
serviciile Daikin furnizate de echipa de asistenta si de
echipa de specialisti calificati si de ingineri de service.

Ce oferim

V' Functionare, intretinere si reparatii
Impreuna cu partenerii de service, oferim o gama de planuri de service pentru
supravegherea, gestionarea si monitorizarea instalatiei

VI Modernizari si optimizari
Pentru a creste performanta si a extinde durata de viatd a sistemului, am
dezvoltat o varietate de modernizari

V| Serviciul de punere in functiune Daikin
De la pornire, testare si pana la reglajele finale, reprezentantii de service Daikin
iti ofera suport pentru fiecare etapd a procesului de instalare. Practicile noastre
eficace si eficiente ajutd toti instalatorii sd garanteze continuarea functiondrii
instalatiei Daikin la performanta de varf

™ Asistenta tehnica de proiect si linie telefonica cu Daikin
Indiferent cd este vorba de alegerea solutiei corecte pentru o anumita aplicatie
sau de integrarea sistemelor HVAC-R in sistemul tau. de management al cladirii,
specialistii si inginerii nostri experimentati sunt pregatiti sd te ajute

™ Politica de garantie Daikin
Daikin are o politicd de garantie transparentd si cuprinzitoare. In anumite
contracte poti obtine, pe langd garantia din fabrica aplicabild pieselor si garantie
pentru manopera

[V Componente fiabile
Toate componentele unei solutii Daikin sunt de calitate ridicatd. Acest lucru
inseamnd cd, dacd o componentd este inlocuitd de un instalator Daikin, poti fi
sigur ca instalatia isi va pastra eficienta si performanta de varf.




Stand By Me,

climatul meu de siguranta

Cu noul program de service si de instalare Daikin, Stand By Me, poti avea siguranta ca vei beneficia de cel
mai ridicat nivel de confort, eficienta energetica, service si experienta a utilizatorului de pe piata.

Prelungirea
gratuita a garantiei

Primul avantaj al programului Stand By Me
este prelungirea gratuitd a garantiei:

[V se aplica atat pentru manopera, cat si
pentru piese

[V incepe imediat dupa inregistrare

Inregistreaza-ti
unitatea Daikin:

www.standbyme.daikin.eu

STAND BY ME

X Urmarire rapida realizatd de
partenerii de service Daikin

Partenerii de service Daikin sunt notificati
automat in momentul in care un client Isi

inregistreazd instalatia pe www.standbyme.

daikin.eu si necesitd intretinere.

Clientul tdu. beneficiaza garantat de:

[V service rapid si fiabil

[V gestionarea tuturor informatiilor privind
instalatia lui, precum documentele
de inregistrare, inregistrarile vizitelor,

Inregistrdrile de intretinere etc.

VM accesul imediat la informatiile corecte
contribuie la un service impecabil

@ Garantie extinsa pentru piese

Pentru o micd taxd, clientii isi pot extinde
garantia pentru anumite piese. Stand By Me
garanteaza:

[Vl ca fiecare components este inlocuiti rapid
V] evitarea surprizelor financiare

[V durata lunga de utilizare si functionare fara
probleme, precum si celelalte beneficii ale
unei instalatii Daikin

M service fiabil oferit de partenerii de service
autorizati Daikin

Partenerii de service Daikin lucreaza exclusiv cu
piese Daikin si detin toate cunostintele tehnice
necesare pentru a remedia orice problema
aparuta




Ururu Sarar

Confort pur

Ururu = umidificare

Temperatura nu poate masura senzatiile din

camera.

Aerul din jurul nostru contine o anumitd cantitate de
umezeald, cunoscuta ca umiditate. In timpul iernii, un
aer prea uscat da o senzatie de frig (ceea ce te poate

Termograful
arata distributia

determina sa dai drumul la incalzire in mod inutil),
dureri de gat si piele uscatd. Acesta poate afecta
mobilierul, pardoselile din lemn, cartile si lucrdrile de

arta.

Sistemul inteligent de umidificare al Ururu Sarara
extrage din exterior cantitatea necesara de umezeala.

temperaturii pe piele
dupa 30 de minute de
la intrarea in camerd.

-

Temperaturd 25 °C

Umiditate: 80%

In aerul cu umezeald, veti avea
senzatia de cdldurd, chiar sila o
temperaturd constanta.

Temperaturd 25 °C
Umiditate: 50%
Comparativ, veti avea o
senzatie de mai rece in aer
dezumidificat.

BLUEBVOoLUTION
Ururu
~sarara [I1XZ-N+ RXZ-N i
Sarara + BLUBVOLUTION
Eficienta Unitatei a Unitate a
3 ki Capaflt.atede Ca!)ac_lta.t adk Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora ,N Ll . Hele < Agent frigorific
racire incalzire put sonora
P . incalzire (cimat | Racire/incalzire . . PO
i i Rcire/Inclzire (climat temperat) ~ Récire e (dimattempera] Unitate Racire Incélzire Ricire/ Ricire/ )
Min./Nom./ = Min./Nom./ Clasi de Consum anual i in oL Tip/GWP Cantitate
Max. (kW Max. (kW i i i )7 v k 2E
B R e P"’:’I:;j]‘aﬁ SEER | SCOPIA  deenergie '":;‘;":‘:;m’:;" slenfioaslscinl | slenfoasisiznl | (dBA) (dBA) Lgnez)
- ica (kWh) nominal/ridicat (dBA) = nominal/ridicat (dBA)
FTXZ25NV1B/RXZ25NV1B 0,6/2,5/39 0,6/3,6/7,5 2,50/3,50 9,54 5,90 92/831 19/26/33/38 19/28/35/39 54/56 59/59
FTXZ35NV1B/RXZ35NV1B 0,6/3,5/5,3 06/50/90 | A+++/A+++ | 3,50/4,50 9,00 573 136/1.100 295x798x372 | 19/27/35/42 19/29/36/42 57/57 61/61 R-32/675 1,34/09
FTXZ50NV1B/RXZ50NV1B 0,6/5,0/5.8 0,6/6,3/94 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427 23/30/38/47 24/31/38/44 60/59 63/64




Sarara = dezumidificare

Exista mai multe modalitati de a raci o
camera pe timp de vara.

Tn timpul verii, umiditatea ambiantd creste si, asa cum
aerul uscat dd senzatia de mai rece, aerul umed da
senzatia de mai cald, iar camerele par incalzite si ostile.
Cu un sistem traditional, singura optiune este de a
reduce temperatura, irosind energie electrica.

Dar functia inteligenta de dezumidificare a Ururu
Sarara oferd o solutie mai elegantd. Aceasta transfera
umezeala in exces din camerd, mentinand in acelasi
timp o temperaturd uniforma, reducand efortul pentru
a va oferi o senzatie de confort.

Ventilare si
purificare a aerului
Aer proaspat chiar si cu geamurile inchise

Spre deosebire de o unitate de aer conditionat
conventionald, Ururu Sarara furnizeaza aer curat si
conditionat in camerd, la temperatura doritd, fara nicio
pierdere termica. Filtrul cu autocuratare al unitatii
colecteaza praful si particulele din aer, mentinand aerul
curat si permitand unitatii Ururu Sarara sa functioneze
la eficienta superioara. Tehnologia Daikin Flash
Streamer garanteaza purificarea automata a aerului si
eliminarea mirosurilor.

:- flash streamer
H. 7/ oNLY BY DAIKIN

Flash Streamer genereazd electroni de mare viteza,
cu o mare putere oxidativa ™

Prefiltrul capteaza praful

Filtru de dezodorizare absoarbe mirosurile
si le distruge fnainte de returul aerului in

camera

Modelul optim al fluxului de
aer pentru locuinta dvs.
Senzor de detectare a miscarii in 3 zone

O camera trebuie racitd sau incdlzitd numai atunci cand
te afli in interiorul acesteia. Si nici nu doresti ca jeturi de
aer sa sufle peste tine. sau invitati atunci cand sunteti in
camera. Acesta este motivul pentru care Daikin a dezvoltat
un,senzor de detectare a miscarii” pentru Ururu Sarara.

Este un detector de miscare, care nu numai ca stie cand
te afli in camera (si opreste unitatea dacd nu esti prezent).
De asemenea, stie si locul in care te afli in camerd si
directioneaza fluxul de aer la distanta de tine. Este o
modalitate inteligentd pentru a controla temperatura
unei camere fdra a altera atmosfera.

Cum functioneaza senzorul de
detectare a miscarii in 3 zone?
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scdzuta si unitatea este oprita
in cele din urma.



Stylish

Conceput pentru confort

Z

reddot award 2018

winner

Cei mai multi clienti cauta un sistem de aer conditionat
cu cea mai buna performanta si cel mai bun design. Cu
Stylish, Daikin combind functia si estetica pentru a crea
un produs inovator, care se integreaza in orice interior.

De ce sa alegi Stylish?

Stylish reuneste un design si o tehnologie excelente
pentru a furniza o solutie de climatizare completa
pentru orice interior. Masurand numai 189 mm,
Stylish este cea mai subtire unitate de pe piatd din
segmentul de unitati de perete elegante si utilizeaza
functii inovatoare pentru a obtine cele mai bune
niveluri ale confortului, eficientei energetice, fiabilitatii
si controlului.

Design premiat

Inspirat de predecesorii sai, Daikin Emura si Ururu
Sarara, Stylish a castigat premiile Good Design si iF
pentru aspectul sau inovator si capabilitdtile sale
functionale. Aceste premii recompenseaza Stylish
pentru capacitatea sa de a atinge noi standarde de
confort si eficienta energetica in industria HYAC-R.

DESIGN
AWARD
2018

GOOD DESIGN
AWARD 2017

s
&

Beneficiile designului Stylish

» Utilizatorii pot alege dintre trei culori distincte (alb,
argintiu si negru)

» Colturile curbate creeazd un design imperceptibil,
care economiseste spatiul

> Calitate perfectd a aerului interior: Flash Streamer
elimind virusurile si alergenii, oferindu-ti un mediu
interior mai curat

> Panoul de comanda simplu permite variatii de
textura si culoare pentru a se integra cu usurinta in
orice camerd

Design inteligent si eficient

» Senzorii inteligenti optimizeazd performanta

» Efectul Coanda optimizeaza distributia temperaturii
in incapere

> Ventilatorul imbunatatit ofera o eficienta ridicatd, cu
niveluri reduse de zgomot

> Tehnologia avansata realizeaza mai mult confort si
eficientd energetica

» Un design compact si functional, potrivit pentru
toate interioarele

> Obtine A+++ atat la incdlzire, cat si la rdcire

> Obtine o eficientd energeticd mai mare si un impact
redus asupra mediului cu agentul frigorific R-32

> Noile tehnologii creeaza temperaturi ideale in incdpere

» Ventilatorul imbunatatit garanteaza functionarea
silentioasd a unitatii

> Se controleaza usor cu Daikin Online Controller

> Tehnologia Flash Streamer furnizeaza aer proaspdt si
curat




Efectul Coanda

Deja prezent in unitatile Ururu Sarara, efectul Coanda optimizeaza fluxul de aer
pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, un flux de
aer mai bine directionat permite o distributie imbunatatitd a temperaturii in intreaga
camera.

Cum functioneaza?

Stylish determind modelul fluxului de aer in functie de solicitarea de incélzire sau
rdcire a camerei. Cand Stylish este in modul incalzire, doud fante directioneaza aerul
in jos (flux de aer vertical), iar iIn modul rdcire, fantele vor deplasa aerul in sus (flux de
aer spre tavan).

Prin crearea a doud modele diferite ale fluxului de aer, Stylish previne curentii de aer
si oferd o temperaturd mai stabild si mai confortabild pentru ocupantii camerei.
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Alb: FTXA-AW Argintiu: FTXA-AS Negru: FTXA-AT

=M FTXA-AW/S/T + RXA-A BLUBVOLUTION

Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara
Nivel de Nivel de

Capacitatede Capacitate de

o B ein Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora q q Agent frigorific
ricire incélzire putere sonoré putere sonora
Racire/incalzire (climat temperat) ~ Récire CEELE R_icirellncélzire Unitate Racire Tncalzire .. ..
temperat) (climat temperat) Racire/ Racire/ o
.':. plom. plon. Clasi de o Consumanual ;... .. Functionare Functionare incilzire = Incalzire = Tip/GWP iz
- 1 kW) (ko) eficienta gboetat SEER SCOP/A de energie InaIng? = silentioasiscizut/ | slenfioasilscizut/ | (dBA) (dBA) (kg/TCOZEq)
i energetic (wh) | dEncmelmm) LGB ridicat(dBA)
CTXA1SAW/S/T numai multiconectare 295x798x189 21/25/39 21/25/39 57 numai multiconectare
FTXA20AW/S/T/ RXA20A2V1B 13/20/26 1 130/2,50/3,50  A+++/A+++ | 2,00/2,40 8,75 515 80/653 19/25/39 19/25/39 59/59 R-32/6750 = 0,76/0,52
FTXA25AW/S/T/ RXA25A2V1B 1,3/25/3.2  1,30/2,80/4,70 2,50/2,45 8,74 515 101/666 19/25/40 19/25/40
FTXA3SAW/S/T/ RXA35A2V1B 14/34/40  1,40/4,00/520 3,40/2,50 873 515 137/680 19/25/41 19/25/41 60 61/61
FTXA42AW/S/T/ RXA42A2V1B 1,7/42/50 | 1,70/540/6,00  A++/A++ 4,20/3,80 7,50 4,60 196/1.150 21/29/45 21/29/45 62/62 1,30/0,88
FTXASOAW/S/T/ RXASOA2V1B 1,7/50/53 | 1,70/5,80/6,50 5,00/4,00 733 4,60 239/1.217 24/31/46 24/33/46



Daikin Emur

Confort modern

Daikin Emura are stil Design remarcabil

Simpld, minimala si supld, unitatea Daikin Emura a Daikin Emura a castigat prestigiosul premiu Reddot
fost proiectatd in Europa pentru Europa si oferd o design 2014, German Design Award - mentiunea
climatizare eleganta si remarcabild. Dar, deoarece speciald 2015, Focus Open 2014 Silver, Good Design

tehnologia inteligenta permite locuintei sa fie atat de Award 2014 si premiul iF design 2015.
confortabild, uitati ca unitatea este acolo.

De ce sa alegi Daikin Emura? @ é

> Design superior cu doud finisaje moderne, in argintiu g:;‘i'}g“;‘"Award
si antracit sau in alb mat pur reddot award 2014 SPECIAL
> Valori ale eficientei sezoniere de pand la A+++ winner MENTION 2015

> Nivel de zgomot de pand la 19 dB
> Control prin aplicatie pentru smartphone sau o
telecomanda usor de utilizat

> Senzor de detectare a miscarii in 2 zone

> Imperceptibild in modul silentios 0

> Aer interior de calitate datoritd filtrului dezodorizant \/ SR
din apatit de titan si noului filtru de purificare a Focus Open 2014 GOOD DESIGN SONaRD
aerului si indepdrtare a alergenilor, din argint Silver AWARD 2014
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PpAIKIN - FTXJ-MW/S + RXJ-M

Eficienta
t Capaflt.ate e CaPac!ta.t acs Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni
racire incalzire
- Racirefinclzire (climat temperat)  Racire L R:mrellncalzlre Unitate
Nom Nom temperat) (climat temperat)
' : Clasa de Consum anual  ;
kW, kW, iectata altime x ati
- ! ) 15 eficienta Ppr;:;;:’t gt SEER SCOP/A de energie In:zx;:?rmx
> energetica (kWh)
FTXJ20MV1BS /RXJ20M2V1B 23 25 2,30/2,10 873 4,61 92/638
At++/A++
FTXJ25MV1BS /RXJ25M2V1B 24 32 2,40/2,70 8,64 460 97/822
FTXJ35MV1BS /RXJ35M2V1B 35 4 A++/A++ 3,50/3,00 719 ! 170/913
FTXJSOMV1BS /RXJSOMV1B 4,80 580 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 30349981212
FTXJ20MV1BW/RXJ20M2V1B 23 25 Art/AE 2,30/2,10 873 4,61 92/638
FTXJ25MV1BW/RXJ25M2V1B 24 32 2,40/2,70 8,64 460 97/822
FTXJ3SMV1BW /RXJ35M2V1B 35 4 A++/A++ 3,50/3,00 719 ! 170/913
FTXJSOMVIBW/ RXJSOMV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 428 239/1.505

Unitate interioara
Nivel de presiune sonora
Racire Tncalzire
Functionare Functionare
silentioasd/scazut/  silentioasa/scazut/

ridicat (dBA) ridicat (dBA)
19/28/40

19/25/38 19/28/41
20/26/45 20/29/45
32/35/46 32/35/47
19/28/40

19/25/38 19/28/41
20/26/45 20/29/45
32/35/46 32/35/47

Nivel de

Récire/
Incélzire

(dBA)

54/56

59/59
60/60

54/56

59/59
60/60

putere sonord putere sonora

Récire/
Tncélzire

(dBA)

61/62

63/63

61/62

63/63

Unitate exterioara
Nivel de

Agent frigorific

Tip/GWP

R-32/675

0,72/0,5

1,30/09

0,72/0,5

1,30/0,9

BLUEBVOLUTION

Cantitate
(kg/TCO2Eq)



Perfera

Viziunea unei stari de bine in viitor

o 1

BLUEBVOLUTION

&
..
k

L

Bucura-te de confortul avansat

Aceasta unitate este un exemplu al viziunii viitoare a
Daikin pentru conditionarea aerului. Avand un design
nou european, unitatea impresioneaza prin valorile
excelente ale eficientei sezoniere de pana la clasa A**
fard compromiterea confortului. Exceptionalul Daikin
Flash Streamer garanteaza o purificare superioard a
aerului. Cu aplicatia Daikin Online Controller, detii

controlul de oriunde te-ai afla. De asemenea, afiseaza
consumul de energie pentru toate produsele cu R-32.
Fluxul de aer 3D si senzorul de detectare a miscarii

in 2 zone creeaza un flux de aer perfect si neinvaziv.

Si toate acestea cu o functionare silentioasa. Seria cu
gama completd reprezinta alegerea ideald pentru cele
mai multe aplicatii. Bucura-te de o casd confortabild,
fara a face compromisuri.



Calitate mai buna a aerului cu
Daikin Flash Streamer

Aceastd unitate multifunctionald de incdlzire si

racire purificd aerul pe tot parcursul anului. Utilizand
electroni pentru a declansa reactii chimice cu
moleculele de aer, Flash Streamer elimind virusurile si
alergenii, oferindu-va un mediu interior mai curat.

Te h NoO | Og |a Virus, Inainte si dupad iradiere
Flash Streamer [PRSESREN | ¥

H *: flash streamer
- “ ONLY BY DAIKIN

Alergeni fungici,
Virusurile si alergenii au fost Tnainte si dupd iradiere

asezate pe electrodul unitdtii
de descdrcare a fascicolului
de iradiere si au fost
fotografiati prin intermediul
unui microscop cu electroni,
dupa iradiere.

(Organizatia de testare: Alergen pe baza de polen,
Yamagata University fnainte si dupa iradiere
si Wakayama Medical 3

4

University)

C/FTXI\/\_M + RXM_M(g) BLUEVOLUTION

Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara

Capacitatede Capacitate de Nivel de Nivel de

_‘...L ricire incalzire Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora O TG Agent frigorific
Récirefincalzire (limattemperat)  Récire (TR R.icirellncilzire Unitate Racire incélzire .. ..
= . 5 temperat) (climat temperat) Racire/ Racire/ .
D:L l\:’:n.lN:w.l l\,l\I’:n./Nm.l Clasé de L Consum anual —— Functionare Functionare Incilzire | Incilzire = Tip/GWP kcané:;a;:
i J ; X} Xt eficienta Ppra:;;:)tata SEER SCOP/A de energie n:‘:t;nm:;:a[:‘nr:x silentioasalscizut/ | silentioasiiscizutl  (dBA) (dBA) (kaZcozRi}
S energetica (kWh) nominalridicat (dBA) | nominallridicat (dBA)
CTXM1ISM numai multiconectare 20/26/34/39 numai multiconectare
FTXM20M2V1B / RXM20M3V1B9 1,3/20/26 | 1,30/2,50/3,50 2,00/2,30 853 83/632 19/25/33/41 57/54 59/50
FTXM25M2V1B/RXM25M3V1B9 1,3/25/32 1 130/2,80/470  A+++/A+++ | 2,50/2,40 8,52 510 103/659 294x811x272 20/27/34/39 R-32/6750 | 0,76/0,52
FTXM35M2V1B/RXM35M3V1B9 1,4/34/40  1,440/4,00/5,20 3,40/2,50 8,51 140/686 19/29/33/45 20/28/35/39 60/54 61/61
FTXM42M2V1B/RXM42M3V1B9 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,40/6,00 Att/As 4,20/4,00 7,50 460 196/1.216 21/30/39/45 21/29/39/45 60/60 62/62 1,30/0,88
FTXM50M2V18/RXMSOM3V1B9 | 1,70/5,00/5,30 | 1,70/5,80/6,50 5,00/4,60 733 ! 239/1.400 32/36/40/44 31/34/39/43 59/58 R-32/675 1,40/0,95
FTXM60M2V18/RXM6OM3V1B9 | 1,90/6,00/6,70 | 1,70/7,00/8,00 A++/A+ 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.496 | 300x1.040x295 ' 34/37/42/46 33/36/41/45 60/59 63/63 1,45/0,98
FTXM71M2V1B/RXM7IM2V1B | 2,30/7,10/8,50 | 2,30/8,20/10,20 A++/A 7,10/6,20 6,11 381 407/2.276 35/38/43/47 34/37/42/46 60/61 66 /67 R-32/6750 | 1,15/0,78



Ofera eficienta si confort de varf

> Functionare foarte silentioasa cu niveluri ale zgomotului de pana la

20 dBA

> Controler online (optional): controlati unitatea interioara din orice

> Dimensiunile compacte ale unitatii o recomanda ca fiind solutia ideald
pentru proiecte de renovare, in special pentru instalarea deasupra usii
> Valori ale eficientei sezoniere de pand la clasa energeticd A++ in rdcire

locatie prin aplicatie, retea locald sau internet si mentineti o privire de
ansamblu a consumului de energie

si incalzire
> Design modern de perete cu economie de spatiu

FTXP-L + RXP-L

BLUEBVOLUTION
Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara
Capaflsate e Ca!aac!ta.t el Eficienta sezoniera (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora Nivel de . Nivel de . Agent frigorific
S . racire incalzire i putere sonora putere sonora
Réirefincalzire (limattemperat)  Récire T2 R.acnellntalzwe Unitate Racire incélzire .. ..
" . 5 temperat) (climat temperat) Racire/ Récire/ 0
. | o o, Clasa de Consum anual Functionare Functionare Incilzire | incilzire | Tip/GWP Cantitate
1 Max. (kW| Max. (kW] iectata Tnltime x 3ti b b kg/TCO2E:
- A EB{) ER{) eficienta Ppra:‘e;;ata SEER SCOP/A de energie I?;g:‘:;el?r:‘";;x silentioasa/scazut/  silentioasa/scizut/  (dBA) (dBA) (kg/TCO2Eq)
’ energetica (kWh) ridicat (dBA) ridicat (dBA)
FTXP20L2V1B/RXP20L2V1B 1,3/2,00/26 |1,30/2,50/3,50 2,00/2,20 6,79 4,65 104/662 20/25/39 21/28/39 55755 60/61
FTXP25L2V1B/RXP25L2V1B 1,3/2,50/3,0 1 1,30/3,00/400  A++/A++ 2,50/2,40 6,92 4,61 127/728 286x770x225 20/26/40 21/28/40 0,70/0,48
FTXP35L2V1B/RXP35L2V1B 1,3/3,50/4,0 ' 1,30/4,00/4,80 3,50/2,80 6,62 4,64 186/845 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62 R32/675.0
FTXPS0L2V1B/RXPS0L2V1B -/5,0/- -/6,0/- At 50 260 31/34/43 30/33/42 59/61 61/61 ' 1,40/0,95
FTXP60L2V1B/RXP6OL2V1B -/6,0/- -/7,0/- 6,0 308 295x990x263 33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98
FTXP71L2V1B/RXP71L2V1B 111/~ -/8,2/- A 71 469 34/37/46 33/36/45 62/62 66/65 1,15/0,78

Unitate de perete rentabila, ce garanteaza furnizarea constanta de aer curat.

> Valori ale eficientei sezoniere de pand la A++ in racire
> Controler online (optional): controlezi unitatea interioara din orice
locatie prin aplicatie, retea locala sau internet si mentineti o privire
de ansamblu a consumului de energie

FTXF-A + RXF-A

> Functionare silentioasd pand la 21 dB(A)

> Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu
68% In comparatie cu R-410A si duce la un consum mai redus de
energie datoritd eficientei sale ridicate

Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara
Capaflt.ate ge CaP a(:!a.t ocls Eficienta sezoniera (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora Hivelds " e . Agent frigorific
racire incalzire 4 putere sonora putere sonora
Racire/incalzire (climat temperat)  Récire I o=y R?clrellncalzlre Unitate Récire Incalzire .. ..
"= " . temperat)  (climat temperat) Racire/ Racire/ .
D - i Nom g uip:iom./ Clasa de Consum anual Functionare Functionare Incilzire | Incilzire | Tip/GWP Cantitzts
Max. (kW Max. (kW i i Inaltimex [ati kg/TCO2E:
- EH( X} eficienta Ppra:;;)tata SEER SCOP/A de energie In:‘::"m:':ela[:n’:.e]x silentioasd/scazut/ | silentioasa/scizut/  (dBA) (dBA) (kg ol
energetica (kWh) ridicat (dBA) ridicat (dBA)
FTXF20A2V1B/RXF20A2V1B 1,3/2,00/2,6 ' 1,30/2,50/3,50 2,00/2,20 | 6,15/410 114/751 83/632 20/25/39 21/28/39 55755 60/61
FTXF25A2V1B/RXF25A2V1B 1,3/2,50/3,0 | 1,30/2,80/4,00 2,50/2,40 | 6,22/4,06 141/827 103/659 286x770x225 20/26/40 21/28/40 0,70/0,48
FTXF35A2V1B/RXF35A2V1B 1,3/330/38 1 130/3,50/480  A++/A+ 3,50/2,80 621/406 197/965 140/686 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62 R-32/675,0
FTXFS0A2V1B/RXFS0A2V1B 1,7/5,00/6,0 | 1,70/6,00/7,70 500460 | 282/1.584 196/1.216 205%990x263 31/34/43 30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95
FTXF60A2V1B/RXF60A2V1B 1,7/6,00/7,0 | 1,70/6,40/8,00 6,00/4,80 | 6,15/4,06 342/1.655 239/1.400 33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98

Unitate de perete rentabila, ce garanteaza furnizarea constanta de aer curat.

> Panoul frontal plat si modern se integreaza usor in orice decor
interior si se curata mai usor

FTXC-A + RXC-A

Capacitatede Capacitate de

Eficienta

> Functionare silentioasa pana la 21 dB(A)
> Valori ale eficientei sezoniere de pand la A++ in rdcire

Unitate interioara

Nivel de

Nivel de

Unitate exterioara

s . A Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora . < Agent frigorific
racire incalzire > putere sonora putere sonora
Racire/incalzire (climat temperat) ~ Récire s et R'acuellncalzlre Unitate Récire .. ..
| . temperat) (climat temperat) Racire/ Racire/ .
1 Min./Nom./  Min./Nom./ Clasad C | Incalzire Incalzire Tin/GWP Cantitate
Max. (kW) | Max. (kW) asade Pproiectata ONSUM aNUaL faiexlitimex | Functionare silenioasa/scizutiridicat/ P (kg/TCO2Eq)
\ eficienta SEER SCOP/A de energie Lo ’ L (dBA) (dBA)
. (kw) adancime (mm) super-ridicat (dBA)
energetica (kWh)
FTXC25AV1B/RXC25AV1B 2,56 2,84 2,56/2,41 6,14 146/773 21/29/40/41 53 58/- 0,60/0,41
4,00 288x859x209
FTXC35AV1B/RXC35AV1B 337 3,58 A/A+ 337/2,19 6,11 193/768 22/30/41/42 54 60 /- R32/675 0,80/0,54
FTXCS0AV1B/ RXCS0AVIB 548 562 548/3,57 6,79 430 283/1.163 3100128037 32/35/40/44 55 64 /- 1,10/0,74
FTXC60AV1B/ RXCE0AVIB 6,23 6,40 6,24/4,16 6.21 421 352/1.385 ) 33/37/43/46 61 65/- 1,20/0,81
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Unitate necarcasata de plafon fals cu dimensiuni compacte

> Unitate invizibila: se potriveste discret in tavan: numai grilele de
absorbtie si refulare sunt vizibile

> Calitate Imbunatatitd a aerului interior, eficienta ridicata si costuri de
Intretinere mai scazute deoarece praful poate fi usor eliminat cu un
aspirator (kitul cu autocuratare este optional)

> Dimensiuni compacte, poate fi usor montata in golurile din plafon
de numai 240 mm

FODXM-F3 4+ RXM-M9

> Controler online (optional): controlezi unitatea interioara din orice
locatie prin aplicatie, retea locald sau internet si mentii o privire de
ansamblu a consumului de energie

> Consum redus de energie datorita motorului de c.c. al ventilatorului

> Kitul multizonare permite controlul individual al mai multor zone de
climat de la o singurd unitate interioara (optional)

BLUEBVOLUTION

Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara
@ Capaflt.ate e CaP a(jta.t adk Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora rles . Helce " Agent frigorific
racire incalzire > putere sonora putere sonora
Récirefincalzire (climat temperat)  Récire it cimat R'aclreﬂncalme Unitate Racire incalzire .. ..
— temperat) (climat temperat) Racire/ Racire/ Cantitate
“ it Nom. (kW) ~ Nom.(kW) = Claside Pproiectats Consumanual | | Incalzire | Incilzire  Tip/GWP (kg/TCO2Eq)
L f| j eficienta SEER SCOP/A de energie a d'én(ime ['mm] Scazut/ridicat (dBA) | Scazut/ridicat (dBA) (dBA) (dBA)
- energetica (kWh)
FDXM25F3V1B/RXM25M3V189 2,40 3,20 A+/A+ 2,40/2,60 5,68 424 148/858 200x750x620 27/35 27/35 53/53 59/59 R-32/6750 | 0,76/0,52
FDXM35F3V1B/ RXM35M3V1B9 3,40 4,00 AA 3,40/2,90 5,26 3,88 226/1.046 61/61
FDXMSOF3V1B/ RXMSOM3V1B9 5,00 580 /- /- /- 200x1.150x620 30/38 30/38 55/55 62/62 R-32/675 | 1,40/095
FDXM6OF3V1B / RXM60M3V1B9 6,00 7,00 56 /56 63/63 1,45/0,98

Unitate de pardoseala

> Valori ale eficientei sezoniere de pana la A++ in racire
> Indltimea sa redusa permite fixarea perfecta a unitatii sub un geam

FVXM-F + RXM-M9

> Controler online (optional): controlezi unitatea interioard din orice
locatie prin aplicatie, retea locald sau internet si mentineti o privire
de ansamblu a consumului de energie

> Functionare silentioasa: niveluri ale presiunii acustice de pand la
23dBA

= Eficienta Unitate interioara Unitate exterioara
Capafit.ate e Ca? ac'ita.t o Eficienta sezonieré (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonora Hlvelde . flivelde " Agent frigorific
récire incélzire ? putere sonora putere sonora
Récirefincalzire (limattemperat)  Récire (TR R?cire/lncilzive Unitate Racire incélzire .. ..
— temperat) (climat temperat) Ravclr'e/ Ravclr.el ) Cantitate
I.._‘ I Nom. (kW)  Nom. (kW) Clasa de Pprolectati Consum anual Insitimex itimex Functionare Functionare Incilzire | Incilzire  Tip/GWP (kg/TCO2Eg)
| A } eﬁcieng.an (kW) SEER SCOP/A de energie e siler!;i?asé/scizutl siIelT;i‘oasi/scézu(/ (dBA) (dBA)
- energetica (kWh) ridicat (dBA) ridicat (dBA)

FVXM25FV1B/RXM25M3V1B9 2,50 340 A++/A+ 2,50/2,40 7,20 4,56 120/737 600x700x210 23/26/38 23/26/38 52/52 59/59 R-32/6750 | 0,76/0,52
FVXM35FV1B/RXM35M3V1B9 3,50 4,50 3,50/2,90 6,43 4,00 190/1.015 24/27/39 24/27/39 61/61
FVXMS0FV1B /RXMSOM3V1B9 5,00 5,80 5,00/4,20 6,80 2571471 32/36/44 32/36/45 57/58 62/62 R-32/675 1,40/0,95

Nota: Etichetele de eficientd LOT 10 variaza intre A+++ si D
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Pompa de caldura hibrida
Daikin Altherma + muilti

Hybrid Multi este o combinatie dintre un sistem multi si 0 pompa de caldura hibrida. Datoritd unui port dedicat, se produce apa fierbinte, in
timp ce se raceste simultan casa. Hybrid Multi este, prin urmare, un sistem multifunctional pentru racire, incélzire si producere de apd calda.
Fiind usor de instalat si cu posibilitatea de control prin aplicatie de pe smartphone sau tabletd, Hybrid Multi reprezinta solutia inteligenta de la
DAIKIN pentru confort pe tot parcursul anului.

Unitatile noastre de exterior multi Bluevolution nu numai  Pompa de caldura hibrida (gaz si aer) poate produce

ca au cea mai buna eficientd, dar de acum inainte pot fi apa calda si poate furniza caldura pentru calorifere si

utilizate si pentru producerea apei calde! incalzire prin pardoseala

> Unitati exterioare multi cu 3,4 si 5 porturi > Incélzirea spatiului cu calorifere si incdlzirea prin pardoseald: modul

> Pot fi combinate cu diferite unitdti interioare split cel mai economic se selecteaza pe baza preturilor la energie, a
(Daikin Emura, Perfera, Comfora, FDXM) temperaturii exterioare si a caldurii interioare existente

> Un port urmeaza sa fie utilizat pentru producerea apei calde e > Apa calda menajerd: Tehnica de condensare a gazului pentru

» Control cu o aplicatie datoritd controlerului online al Daikin producerea apei calde
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Instalare flexibila —

alegerea eleganta

Racire cu eficientd Unitati exterioare multi
A+++ care economisesc spatiul

Concepute cu compresoarele si agentii frigorifici cei La o unitate exterioard multi poti conecta pana la cinci

mai eficienti energetic, cele mai multe unitati isi pot unitdti interioare. Acestea reprezintd solutiile optime

reduce consumul cu pana la 80%. pentru toate nevoile de racire si incalzire a mai multor
camere.

Unitatile exterioare si unitatile lor interioare conectabile BLUBVOLUTION

Unitate Unitate  pompide

Unitate necarcasata de Unitatede Casetacu Caseta perfect o M v
suspendata necarcasata de caldurd

Unitate de perete

UNITATI plafon fals pardoseala jet circular plata inplafon | pardoseals | hibrida

gg;i?%/\;& :wf)/lsh” FTXA-AW/S/T (M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L FDXM-F3 i  FBA-A FVXM-F = FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A OIAVVI;:H-
15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM4OM (@ © @ @ ololo|e oloe ooo|o|e o e
2MXM50M9 ® ®© © @ @ @ © o o © 0o O | 0 06 0o 0 0 0 0 o o e o o e o0
3MXM40N o 0 0 o o 0o 0 0 [ K 2K ] [ AKJ [ 2K [ 2K ) (] [ 2K ] (2K ]
3MXM52N o 060 o 0 ® 0o 0 0 0 o o [ 2K 2K 2K ) [ 2K 2K ) ® 06 0 6 06 0 o o o o 0|0 [ BK ] (2K 2K J )
3MXM68N ® 060 0 0 6 0 0 0 0 0 0 o [ 2K 2K 2K ) ® O 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0o 0o 0 0
4MXM68N o 0 e o 0o o o o o o o o o [ 2K 2K 2K ) ® O 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0o 0o 0 0
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CERTIFIED
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EUROVENT Daikin Europe N.V. participa la programul de certificare
- CERTIFIED a pe(formangew Eurovent p“enmf ech\pa‘meme‘dvebréore
PERFORMANCE a lichidelor si pompe de caldura hidronice, unitati
ventiloconvectoare si sisteme cu debit variabil al agentului
frigorific. Verificati validitatea in curs a certificatului:
www.eurovent-certification.com

Www. eurovent-certification. com

Prezenta publicatie este exclusiv informativa si nu reprezinta o oferta cu caracter de obligativitate din partea
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcatuit continutul acestei publicatii c&t mai adecvat posibil. Nu se ofera
niciun fel de garantie, explicita sau implicita, cu privire la completitudinea, acuratetea, gradul de incredere sau
adecvarea pentru un anume scop a continutului brosurii sau a produselor si serviciilor prezentate aici. Specificatiile
pot fi modificate fara notificare prealabild. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice raspundere legala pentru

orice pierderi directe sau indirecte, in cel mai larg sens, ca rezultat al utilizarii sau in legdtura cu utilizarea si/sau
interpretarea acestei publicatii. Intregul continut cade sub incidenta drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Imprimat pe hartie alba fara clor.





