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Οικονομική λειτουργία       

Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών   
35, 42 class

3
Αισθητήρας κίνησης 3 περιοχών 

Αισθητήρας κίνησης  
20, 25 class

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία Standby       

Λειτουργία κατά την απουσία σας

Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας     

Μόνο ανεμιστήρας       

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 

Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας       

Ισχυρή λειτουργία       

Αυτόματη εναλλαγή ψύξης / θέρμανσης       

Eντελώς αθόρυβο (down to 19dBA)     

Αθόρυβη λειτουργία εσωτ. μονάδας       

Λειτουργία άνετου ύπνου  

Αθόρυβη λειτουργία εξωτ. μονάδας     

Τρισδιάστατη ροή αέρα    
35,42 class

Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων       

Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων    
35,42 class

Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα       

Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα 5 5 5 5 5 5 5
20,25,35 class

Ύγρανση URURU 

Αφύγρανση SARARA 

Πρόγραμμα Αφύγρανσης      

Flash streamer  

Aσημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων παραγόντων 

Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη       
20,25,35 class

Φίλτρο αέρα 
50,60 class

Δυνατότητα σύνδεσης με Online Controller      

Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος   

24ώρος χρονοδιακόπτης       

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων       

Ενσύρματο χειριστήριο     

Κεντρικός έλεγχος    

Αυτόματη επανεκκίνηση       

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος       

Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων 
R32


R32   

Δυνατότητα σύνδεσης με VRV 

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXM-M
FTXS-K FTX-J3 FTX-KV FTXB-C

DAIKIN Hellas ΑΕ

Γιατί να επιλέξετε κλιματιστικά Daikin;
• Εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα
• Αθόρυβη & «Έξυπνη» τεχνολογία 
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
• �Μέγιστη απόδοση ακόμη και στις πιο κρύες μέρες του χρόνου 

με χρήση τεχνολογίας inverter τελευταίας γενιάς (έως -15°C)
• Ποιοτική υπεροχή / αποδεδειγμένη αξιοπιστία
• 3 χρόνια εγγύηση 
• Δυνατότητα χειρισμού των μονάδων από το κινητό 
• Αποκλειστική δραστηριότητα της Daikin είναι τα προϊόντα 
κλιματισμού και θέρμανσης
• Παραγωγή σε 37 ιδιόκτητα εργοστάσια ανά τον κόσμο

 

Αναζητήστε 
τα προϊόντα 
της Daikin στο 
επίσημο δίκτυο 
συνεργατών με 
το ειδικό σήμα.

Για το επίσημο δίκτυο συνεργατών επισκεφθείτε www.daikin.gr/dealers/index.gr 

H Daikin προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη ικανοποίηση και ασφάλεια των πελατών της, δεν συνιστά την 
αγορά προϊόντων της μέσω internet από μεταπωλητές οι οποίοι δεν ανήκουν στο επίσημο δίκτυο της Daikin www.daikin.gr

Αποστολή μας:

Η τέλεια 
ατμόσφαιρα

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, χάρη στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση.



FTXM-M FTXS-K FTX-J3/KV FTXB-C

FTXS20K
Ψύξη: 2,00 (1,3-2,8) kW	 SEER: 7,40

Θέρμανση: 2,50 (1,3-4,3) kW	 SCOP: 4,77

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 289x780x215

Α++ ClassΑ++ Class FTX20J3
Ψύξη: 2,00 (1,3-2,6) kW	 SEER: 6,11

Θέρμανση: 2,50 (1,3-3,5) kW	 SCOP: 4,34

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 283x770x198

Α+ ClassΑ++ Class

FTXB25C
Ψύξη: 2,50 (1,3-3,0) kW	 SEER: 6,02

Θέρμανση: 2,80 (1,3-4,0) kW	 SCOP: 4,01

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 283x770x216

Α+ ClassΑ+ Class

FTXB20C
Ψύξη: 2,00 (1,3-2,6) kW	 SEER: 5,98

Θέρμανση: 2,50 (1,3-3,5) kW	 SCOP: 4,10

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 283x770x216

Α+ ClassΑ+ Class

FTXB35C
Ψύξη: 3,30 (1,3-3,8) kW	 SEER: 6,05

Θέρμανση: 3,50 (1,3-4,8) kW	 SCOP: 4,06

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 283x770x216

Α+ ClassΑ+ Class

FTXB50C
Ψύξη: 5,48 (1,63-6,20) kW	 SEER: 5,93

Θέρμανση: 5,62 (1,17-6,60) kW	 SCOP: 4,27

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 310x1.065x224

Α+ ClassΑ+ Class

FTXB60C
Ψύξη: 6,23 (1,75-6,50) kW	 SEER: 6,09

Θέρμανση: 6,40 (1,20-7,10) kW	 SCOP: 4,06

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 310x1.065x224

Α+ ClassΑ+ Class

FTX25J3
Ψύξη: 2,50 (1,3-3,0) kW	 SEER: 6,15

Θέρμανση: 2,80 (1,3-4,0) kW	 SCOP: 4,16

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 283x770x198

Α+ ClassΑ++ Class

FTX35J3
Ψύξη: 3,30 (1,3-3,8) kW	 SEER: 6,15

Θέρμανση: 3,50 (1,3-4,8) kW	 SCOP: 4,14

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 283x770x198

Α+ ClassΑ++ Class

FTX50KV
Ψύξη: 5,00 (1,7-6,0) kW	 SEER: 6,59

Θέρμανση: 6,00 (1,7-7,7) kW	 SCOP: 4,10

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x990x263

Α+ ClassΑ++ Class

FTX60KV
Ψύξη: 6,00 (1,7-7,0) kW	 SEER: 6,76

Θέρμανση: 7,00 (1,7-8,0) kW	 SCOP: 4,10

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x990x263

Α+ ClassΑ++ Class

FTX71KV
Ψύξη: 7,10 (2,3-7,3)kW	 SEER: 5,25

Θέρμανση:  8,20 (2,3-9,5)kW	 SCOP: 3,81

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x990x263

Α ClassΑ Class

FTXS25K
Ψύξη: 2,50 (1,3-3,2) kW	 SEER: 7,90

Θέρμανση: 2,80 (1,3-4,7) kW	 SCOP: 4,78

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 289x780x215

Α++ ClassΑ++ Class

FTXS35K
Ψύξη: 3,50 (1,4-4,0) kW	 SEER: 7,47

Θέρμανση: 4,00 (1,4-5,2) kW	 SCOP: 4,85

Διαστάσεις:  Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 298x900x215

Α++ ClassΑ++ Class

FTXS42K
Ψύξη: 4,20 (1,7-5,0) kW	 SEER: 6,80

Θέρμανση: 5,40 (1,7-6,0) kW	 SCOP: 4,20

Διαστάσεις:  Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 298x900x215

Α+ ClassΑ++ Class

FTXJ-MW/S FTXZ-N

FTXZ25N
Ψύξη: 2,50 (0,6-3,9) kW	 SEER: 9,54

Θέρμανση: 3,60 (0,6-7,5) kW	 SCOP: 5,90

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x798x372

Α+++ ClassΑ+++ Class

FTXM20M
Ψύξη: 2,00 (1,3-2,6) kW	 SEER: 8,53

Θέρμανση: 2,50 (1,3-3,5) kW	 SCOP: 5,1

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 294x811x272

Α+++ ClassΑ+++ Class

FTXZ35N
Ψύξη: 3,50 (0,6-5,3) kW	 SEER: 9,00

Θέρμανση: 5,00 (0,6-9,0) kW	 SCOP: 5,73

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x798x372

Α+++ ClassΑ+++ Class

FTXZ50N
Ψύξη: 5,00 (0,6-5,8) kW	 SEER: 8,60

Θέρμανση: 6,30 (0,6-9,4) kW	 SCOP: 5,50

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 295x798x372

Α+++ ClassΑ+++ Class

Υποσημείωση. Ενεργειακή κλάση μηχανήματος: (με μπλε γράμματα) σε λειτουργία ψύξης, (με κόκκινα γράμματα) σε λειτουργία θέρμανσης.
	 Η σήμανση αναφέρεται σε εποχιακούς βαθμούς απόδοσης SEER & SCOP για το Μέσο Κλίμα.

FTXJ20MW/S
Ψύξη: 2,30 (1,3-2,8) kW	 SEER: 8,73

Θέρμανση: 2,50 (1,3-4,3) kW	 SCOP: 4,61

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm): 	 303x998x212

Α++ ClassΑ+++ Class

FTXJ25MW/S
Ψύξη: 2,40 (0,9-3,3) kW	 SEER: 8,64

Θέρμανση: 3,20 (0,9-4,7) kW	 SCOP: 4,60

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 303x998x212

Α++ ClassΑ+++ Class

FTXJ35MW/S
Ψύξη: 3,50 (0,9-4,1) kW	 SEER: 7,19

Θέρμανση: 4,00 (0,9-5,1) kW	 SCOP: 4,60

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 303x998x212

Α++ ClassΑ++ Class

FTXJ50MW/S
Ψύξη: 4,80 (1,4-5,5) kW	 SEER: 7,02

Θέρμανση: 5,80 (1,1-7,7) kW	 SCOP: 4,28

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 303x998x212

Α+ ClassΑ++ Class

FTXM42M
Ψύξη: 4,20 (1,7-5,0) kW	 SEER: 7,50

Θέρμανση: 5,40 (1,7-6,0) kW	 SCOP: 4,60

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 294x811x272

Α++ Class Α++ Class

FTXM50M
Ψύξη: 5,02 (1,7-5,3) kW	 SEER: 7,33

Θέρμανση: 5,80 (1,7-6,5) kW	 SCOP: 4,60

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 300x1040x295

Α++ Class Α++ Class

FTXM60M
Ψύξη: 6,00 (1,9-6,7) kW 	 SEER: 6,90

Θέρμανση: 7,00 (1,7-8) kW	 SCOP: 4,30

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 300x1040x295

Α++ Class Α+ Class

FTXM71M
Ψύξη: 7,10 (TBD) kW 	 SEER: 6,90

Θέρμανση: 8,20 (TBD) kW	 SCOP: 3,81

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 300x1040x295

Α++ Class Α Class

FTXM25M
Ψύξη: 2,50 (1,3-3,2) kW	 SEER: 8,52

Θέρμανση: 2,80 (1,3-4,7) kW	 SCOP: 5,1

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 294x811x272

Α+++ ClassΑ+++ Class

FTXM35M
Ψύξη: 3,50 (1,4-4,0) kW	 SEER: 8,51

Θέρμανση: 4,00 (1,4-5,2) kW	 SCOP: 5,1

Διαστάσεις: Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm):	 294x811x272

Α+++ ClassΑ+++ Class

FTX-J3

FTX-KV


