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Ustin konfor.
En yuksek kalite standardi
goOzetilerek tasarlanir,
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Neden Daikin'i tercih
etmeliyim?

Musterilerinizin Gistlin konfor icin Daikin'e
glivenmelerini saglamak size s6zimUuzdir. Teknolojik
miikemmellik, tasarim 6nceligi ve en yiiksek kalite
odakli calismalarimizi hiz kesmeden strdiriyoruz.

Gezegenimize sézimiiz kesindir. Uriinlerimiz diigiik
enerji tiikketimi agisindan daima bagsi cekmektedir
ve HVAC-R ¢ozUmlerimizin cevre Gzerindeki olumsuz
etkilerini daha da dustrmek icin inovasyona hiz
kesmeden devam ediyoruz.

Guven, saygi ve guvenirlik Gzerine kurulu uzun
vadeli ve katma deger yaratan iliskiler kurabilmemiz
icin, 90 yili askin deneyimimizle birlikte tim pazar
sektorlerindeki uzmanhgimiz sayesinde kiiresel
liderligimizi devam ettirecegiz.

Daikin servis merkezleri satis dncesinde ve sonrasinda
ve Urlnlerimizin dagitiminda size teknik destek
sunmaya daima hazirdir. Dakik, gtvenilir ve musteri
odakli bir hizmet anlayisiyla calisirlar ve musterillerin
ozel ihtiyaclarina yonelik 6nerilerde bulunurlar: hem
sizin hem musterileriniz i¢in saha destegi ve montaj,
sorun giderme ve bakim yardimi sunarlar.

Sizlere teknik tirlin egitimi sunuyoruz, boylece
mUsterilerinizin size ihtiyaci oldugunda onlara hizli ve
profesyonel sekilde yanit verebilirsiniz.



Neden bir Daikin split
sistem tercih

etmeliyim?

FVXM [

Montor

E——.
acisindan
1 | ister tek bir oda ister cok sayida oda,
ava n taJ a rl tercih tamamen sizin elinizde.
: Bir multi dis Unite secerek dokuz adede kadar duvar tipi i¢ Uniteyi tek bir dis

KO | ay Mo ﬂtaj Unitesine baglayabilir ve bdylece evinizin her yerinde mikemmel i¢ ortam kosullari
ve gerekirse kullanim sicak suyu elde edebilirsiniz. Tm i¢ Uniteler birbirinden

Kolay monte edilebilmesi ve degistirilebilmesi bagimsiz kumanda edilebilir; ayni odaya ve hatta ayni zamanda monte edilmis

icin sistemlerin her gegen gtin daha moddler olmalari gerekli degildir.

hale geldigi bir diinyada Daikin tim énemli Ayrica, bir multi dis Unite birden fazla split kuruluma kiyasla cok daha az yer kaplar.

bilesnelerini fabrikada dnceden ayarlayarak

'tak ve calistir' montajin éncllerinden biridir.

Boylece saha calismalarinin stresi kisalir, Havadan havaya i1si pompasi nedir?

nakliye kolaylasir ve montaj mihendislerinin

zaman ve emeklerini optimize etmeleri Ist pompalari, soguk iklimlerde dahi dis ortam havasindaki isiyi alir. Elektrikle calisan

saglanir. bir kompresér kullanir ve dairelerin ve mustakil evlerin isitilmasinda son derece
verimlidir. Daikin 1si pompalari sessizdir, fazla yer kaplamaz ve enerji faturalarinin

SERVIS mUmkin oldugunca dusurdlmesi icin en son teknolojiyi kullanir. Bir Daikin isi
pompaslyla evinizi isitmaniz igin ihtiyag duydugunuz enerjinin %80'i bedelsiz ve

Gercek zamanli, uzaktan takip islevlerinin sonsuz sekilde yenilenebilir bir enerji kaynagr olan dis ortam havasindan alinir.

kullanilmasi sayesinde servis calismalari Sogutma modunda sistem ters sekilde calisir, yani i ortam havasindaki isiyr alir.

onceden en etkin sekilde planlanabilir. Bu
sayede servis muhendisleri yedek parcalarin
siparisini vererek tam zamaninda teslim
edilmesini ve servis ziyaretlerinin musterinin
calisma gereksinimlerine uygun olarak
dnceden planlanmasini saglayarak sistemlerin
devre digi kaldigi streleri en aza indirirler.

%80

dis ortam
havasi

GUVENILIR URUNLER O
Daikin, Ustin guvenirlik icin Grtnlerinin yUksek

kaliteli malzemeler kullanilarak ve en kati

Uretim standartlarina uygun olarak tretilmesini %100
garanti eder. Bu da montaj ve servis enerji
muhendislerinin Daikin'in Gstln performansini

gondl rahatligiyla Gnerebilmesini saglar.

%20
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Nerede olursaniz olun
kontrol daima sizde.

Daikin Online Kumanda uygulamasi isitma sisteminizin
ve 50'ye kadar split klima Unitesinin durumunu kontrol
ve takip edebilir ve su islemlere izin verir:

izleme:

> Klima veya isitma sisteminizin durumu

> Enerji tiiketimi grafiklerini gorinttleme

Kontrol:

> Galisma modu, ayar sicaklig, fan devri ve guicli mod,
hava yonu ve filtreleme (streamer) islevi

> Sisteminizi ve kullanim sicak suyunu uzaktan kontrol
edin

> Zon kontrolii: cok sayida Uniteyi ayni anda kontrol
edin (Yalnizca Split ve Daikin Altherma entegre iki
bolgeli)

Programlama:

> Avar sicakhigini ve calisma modunu haftanin 7 glinii
icin glinde 6 isleme kadar programlayin.

> Tatil modunu etkinlestirin

> Sezgisel modda goruntuleyin

> IFTTT Gzerinden 3. taraf Grlin ve hizmet entegrasyonu

» Talep kontroli/glg sinirlama (sadece split)
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Sezgisel araylizli uygulama
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Calisma modu, sicaklik, Ayar sicaklig, calisma Enerji tiketimini izleyin, Evinizdeki odalari segin
hava temizleme, fan devri modu ve fan devrini tatil programini belirleyin

ve yonunu kontrol edin programlayin



Avantajlar

Gizli tavan tipi Unite

Gizli tavan tipi Uniteler kopakt olduklarindan ve disaridan sadece desarj ve giris
menfezleri gorindugunden neredeyse hic dikkat cekmeyen bir ¢cozim sunar. Ayrica,
zemin ve duvar alanindan maksimum diizeyde istifade edilmesini sadlayarak i¢
mekanlarinizi dilediginiz gibi dekore etmeniz icin size yer birakir. Dustk tiketimli DC
fan motoru, maksimum enerji tasarrufu sunar. Ve tabii ki, her Grtin serisinde oldugu
gibi her tUrlt oda buytkligune uygun, cok genis bir Unite araligina sahibiz. Ayrica,
her seyin kontrolinUz altinda olmasi icin bir opsiyonel cevrimici kumandaya sahiptir.

Kendi kendini temizleyen filtre

» Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre temizligi
otomatik olarak gerceklesir

> Toz, Uniteye entegre bir toz torbasinda toplanir

» Toz torbasi doldugunda, Unitenin agilmasina gerek
kalmadan elektrik sipurgesiyle toz kolayca ¢ekilebilir

Coklu bolgelere ayirma kiti

> Coklu bolgelere ayirma kiti, bir i¢ Gnitenin ¢ok sayida
ayri kontroll iklim bdlgesine hizmet vermesini
saglayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekligini
artirir.

Duvar tipi Ginite = ‘f i

Duvar tipi Gniteler kolayca monte edilebilir. Duvarin yiksek bir noktasina, i¢ dekoru ™
bozmayacak bir noktaya monte edilebilir. Odaniz ister genis ister kiigtk olsun
istediginiz i¢ ortam havasini yaratacak kapasitelere sahip ve bitgenize uygun bir
Unitemiz mutlaka vardir. Yiksek verimlilikli tasarim tnitelerinden parasinin karsihgini
fazlasiyla veren Unitelere kadar ¢ok genis bir aralida sahibiz. Bircok model, her seyin
kontroltintz altinda olmast icin bir opsiyonel cevrimici kumandaya sahiptir.

Doseme tipi Unite

Doseme tipi Uniteler, yerden tasarrufun biyik 6nem tasidigi odalara kolayca monte
edilebilir.

Duvarlarin genelde daha kisa oldugu tavan arasi vb. yerler icin idealdir. Doseme

tipi Gniteler 1sitma konusunda ¢ok basarilidir, ¢tinkd isitiimis havayr alttan tfleyerek
mukemmel bir isi yayma etkisi olusturur. Odalariniz ister blytk ister kiguk olsun
size arzu ettiginiz ic ortam havasini saglayacak tniteyi sunabiliriz. Dogseme tipi
Unitelerimiz, disuk sicaklikli radyatorlerden ¢cok daha kompattir ve hatta Nexura
kUguk bir 6n panele sahiptir. Ayrica, her seyin kontroltiniiz altinda olmasi icin bir
opsiyonel ¢evrimici kumandaya sahiptir.




Avrupanin enerji etiketi

Akilli tercihleri tesvik eden etiketleme

Tuketicilerin karsilastirma yapmalarina ve satin alma kararlarini kullanicilarin secenekler hakkinda daha iyi bilgilendirilmesini saglar.
standart etiketleme kriterlerini temel alarak vermelerine olanak Enerji etiketi, koyu yesilden (en yUksek enerji verimliligi) kirmiziya
saglamak icin Avurpa, enerji etiketlerini ¢ikarmistir. Klimalara yonelik (en dustik enerji verimliligi) kadar degisen renklerle ifade edilen
pestijli Avrupa enerji etiketi ilk defa 1992 yillinda ¢ikarilmis ve o A+++'dan D'ye kadar ¢ok sayida siniflandirma icerir. Etiketle ilgili
tarihten bu yana islevini layikiyla yerine getirmektedir. 2013 yilinda bilgiler arasinda 1sitma (SCOP) ve sogutma (SEER) icin yeni sezonsal
ise Avrupa bir sesonsal enerji etiketi ¢cikarmistir. Bu etiket tim bir verimlilik degerlerinin yani sira yillik enerji tiketimi ve ¢alisma sesi
sezon boyunca gegerli olan klima verimliligini yansittigi icin son seviyeleri de bulunmaktadir.
Etiket hakkinda daha [ o0
detayli bilgiler ENERG
EHEPTHA « EVERYLLT @@
Ureticinin ve Grintn adi — & —L ¢ vedis tinite kombinasyonu
r N R . e
SEER: sogutma icin sezonsal verimlilik degerleri SEER @ S00P @ == SCOP:isitma icin sezonsal verimlilik degerleri
A+++ (en yuksek enerji verimliligi) ile D (en " A+++ (en yuiksek enerji verimliligi) ile D (en duisiik
dusuk enerji verimliligi) arasi siniflandirmalar m m enerji verimlilig arast siniflandirmalar
Sogutma icin tasarim yUkd _ m Isitma icin tasarim yuka
Sogutma icin sezonsal verimlilik degerleri (SEER) ~__ I\ i 02 wwonz | o | ] _— Isitma icin sezonsal verimlilik degerleri (SCOP)
—~ SEER MY sor XY | XY | oy ]
Yardimcr modlar da dahil sogutma HCAWhimmum Ewhianrem XY | AP | KY
sezonu boyunca yillik enerji tiketimi - Py - LR [~ Yardimcr modlar da dahil isitma sezonu
Py boyunca yillik enerji tiketimi
o q‘-}:]"““
I¢ Unite igin ses glict degeri s » €
e R— ‘B
T o
A _ B Farkli kosullarin dikkate alinmasi icin soguk, iiman
|[|.r'-" “ Df a8 [ 1 . ve sicak olmak tzere 3 iklim bélgesi kullanilir,
Dis (inite icin ses gUicii seviyesi : p o re
b - N M MAVI = SOGUK IKLIM (OPSIYONEL)
PPN WO EPRRYIA - ENEIUA - EVENUT - ENRAN - YESIL = ILIMAN IKLIM (ZORUNLU)
I/
, r TURUNCU = SICAK IKLIM (OPSIYONEL)

Bluevolution serisi

Bugunun ilerisini ddstnun
2025 yilindan itibaren Avrupa F Gazi yonetmeligi, Her zaman glivenebileceginiz eski dost

sogutucu akiskan sarji 3kg'in altinda olan tim bire bir
split klima kurulumlarr icin GWP degeri 750'nin altinda R-32'Un kullanimi aslinda yeni bir sey degildir; R-410A,

sogutucu akiskanlarin kullaniimasini éngérmektedir. %50 oraninda R-32 ile %50 oraninda R-125'in
R-410A (GWP 2087,5) diger uygulamalar ve servis karisimidir. Tek bilesenli sogutucu akiskan R-32'nin
islemleri icin mevcut olmaya devam edecektir. kullaniminin getirdigi diger ilave avantajlar arasinda

ayrilma ve kayma sorunlarinin dnlenmesi ve daha kolay
Daikin, R-32'yi ilk defa 2012 yilinda piyasaya strmdsttr.  sarj ve geri ddnistim yer almaktadir.

675'lik dustik GWP degeri, rakiplerini zorlayici enerji YDAIKIN
verimliligi, glvenligi ve hesapli olmasi sayesinde istediginiz gibi uyarlayin: R-410A'ya benzer calisma

oldukga cazip bir Griinddr. 2016 yilindan itibaren basinglariyla hem sivi hem gaz fazda desarj olabilmesi

Daikin, bire bir ve multi Gnitelerden meydana gelen, ve hem R-32 hem R-410A cihazlari i¢in uygun araglarin

benzersiz Bluevolution serisini sunmaktadir. Bu seriyle bulunmasi sayesinde Daikin Bluevolution serisinde

birlikte konut tipi klimalar icin standardi bir kez daha karar kilmak isten bile degildir.

belirlemeyi basarmistir. Akilli ve taze tasarim fikri
sayesinde Ustun verimlik degerleri ile Gsttn konfor
ozellikleri tek bir Gnitede bir araya gelmistir.



2017'deki yenilikler

Gizli tavan tipi Uniteler icin
kendi kendini temizleyen filtre

Tekrarlanan essiz bir basari hikayesi

hava
akisi yonu

Dislk isletme maliyetleri

> Otomatik filtre temizleme
> Filtre daima temiz oldugundan dolayi isletme maliyetlerini
azaltr

Calisma sirasinda kanalli i Gnite igin verimlilik profili degisimi

%100

Kirlenen
filtreden dolayi
kademeli
verimlilik kaybi

%0

baslangi¢ 6ay 2ay

iyilestirilmis oda havasi kalitesi

> Daima optimum hava akisi saglayarak cereyan veya yuksek
sesi onler

Nasil calisir?

Filtre temizligi icin minimum sire gerekir
> Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre

> Toz kutusu doldugunda, elektrik stiptrgesiyle toz kolayca temizligi otomatik olarak gerceklesir
cekilebilir > Toz, Uiniteye entegre bir toz torbasinda toplanir
> Kirli tavanlara son » Toz torbasi doldugunda, tnitenin agilmasina gerek

kalmadan elektrik sipurgesiyle toz kolayca cekilebilir

Essiz teknoloji ey,

FETT

> Daikin kendi kendini temizleyen kaset deneyimine
dayali essiz ve yeni gelistirilen filtre teknolojisi

Kombinasyon tablosu Teknik ozellikler
Split / Sky Air VRV BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102
FDXM-F3 FXDQ-A3 Yiikseklik (mm) o
25 35 50 60 1520 25 32 40 50 63 Genislik (mm) 764 %64 164
BAE20A62 [ [ [ ° [ [ Genislik (mm) 084 1004 1294
BAE20A82 P (aski kelepgesi dahil)
BAE20A102 ° ° ° Derinlik (mm) 201

*tasarruf tutarlan yuvarlak atish kendi kendini temizleyen kaset 6lctimlerine dayalidir

10
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'(;.;oklu"bélgelere
aylrma Kiti

Esnekligi artinin: tek bir i¢ Uniteyle cok sayida odaya besleme saglayin.

Goklu bolgelere ayirma kiti, bir i¢ Gnitenin ¢ok sayida ayri kontrolld iklim bolgesine hizmet vermesini
saglayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekligini artirir.

> Daha fazla ayr zon kontroltine imkan taniyarak konfor diizeylerini Na S| | ga | |§| r?
artinr
- Ayri modulasyonlu damperler sayesinde 8 ayri bolgeye hizmet
verilebilir
- Oda oda veya zon zon kontrol iin ayr termostat

» Eco-adapt, dinamik ayar noktasi sicakliklarinin kullaniimasi sayesinde
glc tuketimini azaltir

> Talebe g6re otomatik hava akisi ayari

> Montaji kolaydir, Daikin i¢ Uniteler ve sistem kontrollerine entegre

Bolgelere ayirma kutusu:
damperler vs. ile birlikte
onceden monte edilmis

plenum
olur
> Coklu bolgelere ayirma icin hepsi bir arada paketi tesvik eder
> Damperler, PCB' vb. tamamen énceden takilmis olarak geldiginden
zaman tasarrufu saglar
> Montajda gereken sogutucu akiskan miktarini azaltir
Ayri bolge termostatlari
Blueface - Airzone  Airzone Bolge Airzone Bolge
Ana Termostati Termostati Termostat
> Bolge kontrolticin - » Bolge kontrolu > Sicaklik kontrol
renkli grafik araytiz icin disuk enerjili digmeli termostat
> Kablolu iletisim e-mirekkep ekranli > Kablosuz iletisim
"Tak ve calistir' graﬁk araylz
plenum > Kablosuz iletigim
Kombinasyon tablosu FDXM-F3 FBA-A ADEQ-C FXDQ-A3 FXSQ-A
Damper sayisi 253550 60 35 50 60| 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20|25 32 40|50 63 80 100 125 140
Standart plenum 3 o0 [ BN BN BN}
4 [ BN J [ ) [ )
> [N} (BN} °
6 ) [ AN ]
7 [ ] [ )
8 [ BN J
ince plenum 3 o0 (AN AN BN ) o0
4 [ ) [ BN )
5 [ ] [ )




Ururu Sarara

ENiyinin en iyisi




Neden Ururu Sarara'yi tercih etmeliyim?

> Nemlendirme, nem alma, taze havayla havalandirma,
hava temizleme ve I1sitma + sogutma icin 1 sistemde
benzersiz kombinasyon

> 3alanli akill goz: hava, odada insanlarin bulunmadigi
alanlara dogru tflenir. 3 ydnde tespit mumkundr:
sol, 6n ve sag. Oda igerisinde insan varli§i tespit
edilmezse, Unite otomatik olarak enerji tasarrufuna
geger.

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz
olun i¢ Unitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ag
veya internet Uzerinden kontrol edebilir ve enerji
tUketiminizi takip edebilirsiniz.

> Kendi kendine temizleme 6zelligi sayesinde filtrelerin
temizlenmesine gerek yoktur

> Sezonsal verimlilik degerleri: sogutma ve isitmada
tam seri A+++

> Fisilti kadar sessiz calisma: Unitenin calisma sesi
neredeyse duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya
kadar iner!

> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/
soguk havayi ulastirmak icin disey ve yatay otomatik
salinim 6zelligini birlestirir.

BLUEVOLUTION

Flash Streamer: yliksek oksidasyon gticiyle
yUksek hizda elektron akislari olusturur

On filtre: tozlari yakalar

Titanyum apatit fotokatalitik filtre:
alerjenleri, bakterileri ve virusleri tutar
ve sigara ve evcil hayvan kokulari gibi
istenmeyen kokulari kirar

ﬂ 1. flash streamer
\r «+ ~ ONLY BY DAIKIN

Ururu
P e
Sarara

Daikin Ururu Sarara, klimalar igin yeni bir uzman
kontrol diizeyi getirmektedir. Birlikte bir genel konfor
¢6zUma olusturan bes hava isleme teknigine sahiptir.
Ayrica, Ururu Sarara serisi, enerji verimli kompresori
ve 15l esanjorl sayesinde SEER and SCOP A+++
degerlerine sahiptir. Yenilik¢i teknolojisi ve ayrica
tasarimi ile prestijli Red Dot 2013 tasarim 6duline layik
gordlmustar.

reddot design award
winner 2013

O

Nemlendirme Taze havayla
Nem alma havalandirma

(=) @
=

Hava temizleme

Isitma/sogutma

5 hava isleme teknigi

1 Mevcut en yUksek enerji etiketiyle yil boyu konfor
icin 1sitma ve sogutma tek bir tnitede

2 Kisaylarinda Ururu islevi, havadaki nemi tazeleyerek
gereksiz 1sitma yapmadan konforlu bir dizeyi korur

3 Yaz aylarinda ise Sarara islevi havadaki fazla nemi alir
ve sabit bir sicakhigi korur, boylece ekstra sogutulma
yapilmasini engeller

4 Pencereler kapaliyken dahi taze havayla
havalandirma

5 Temiz hava beslenmesi icin alerjenlerin, bakterilerin
ve virlslerin giderilmesine ydnelik hava temizleme
ve otomatik filtre temizleme islevleri
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Daikin Emura

GordnUum. Islev. Yeniden tasarland.

Neden Daikin Emura'yl segcmeliyim?

Daikin Emura, Avrupali kullanicilar igin Gstiin klima » Bu Gstlin tasarim guimdis ve antrasit veya saf mat
¢dzlmlerinin yaratiimasi icin kesintisiz strdrilen beyaz olmak Uzere iki sik renkle tamamlanmigstir

arastirma calismalarinin bir sonucudur. Yeni nesil esktra > A+++'ya kaar ylksek sezonsal verimlilikler

ozellikler cihazi Avrupali kullanicilar icin daha da uygun > GUm{s alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi:

hale getirmistir. Daikin Emura'nin prestijli Reddot 2014 polenler gibi alerjenleri yakalar

Design Award, German Tasarim Oddiltine - Special > 19 desibel'e kadar dusen, fisilti dizeyinde ¢alisma sesi

Mention 2015, Focus Open 2014 Silver Good Design seviyeleri

Award 2014 ve iF Design Award 2015 gibi d6ddllere layik > Enerji tiketiminizi bir akilli telefon uygulamasi veya

gérilmesi bunun en guzel kanitidir. kullanic dostu uzaktan kumandayla kontroledinve ~ BLUEVOLUTION

genel olarak takip edin

2 O R

German

Design Award DESIGN
reddot award 2014 Focusopen2014 300D AWARD
winner WENTION 2015 Siver DESIGN
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BLUEVOLUTION

i1 flash streamer

En son teknoloji Grlint konforun tadini ¢ikarin

Bu Unite, Daikin'in gelecek klima vizyonunun tipik bir
ornegidir. Yepyeni Avrupa tarziyla tasarlanmasinin yani
sira, konfordan 6diin vermeksizin A*** seviyesine kadar
mukemmel sezonsal verimlik degerleri sunar. Siradigi
Daikin Flash Streamer 6zelligi Ustin hava temizligini
garanti eder. Cevrimici kumanda uygulamasiyla nerede
olursaniz olun kontrol daima sizdedir. Ayrica,

Daikin Flash Streamer ile daha Ustlin hava
kalitesi

Hepsi bir arada 1sitma ve sogutma Unitesi, havayr tim
yll boyunca temizler. Hava molekdlleriyle kimyasal
reaksiyonlari tetiklemek tzere elektronlar

VirGsler ve alerjenler, Streamer desarj Unitesinin
elektroduna yerlestirilmis ve ardindan isinlandiktan
sonra bir elektron mikroskobuyla fotografi cekilmistir.

(Test kurumu: Yamagata Universitesi ve Wakayama Tip
Fakultesi)

Isinlama oncesi ve sonrasi,
polen bazli alerjenler

Gelecege guvenle bakmanin huzuru

N

tim R-32 Urnleri icin enerji tiketimini de gosterir.

3 boyutlu hava tfleme ve 2 alanli akilli g6z 6zellikleri
rahatsiz etmeyen, mikemmel hava akimini yaratir. T4m
bunlar Ustln sessizlikte bir ¢alismayla tamamlanir. Tem
UrUin serisi bircok uygulama icin ideal bir secenektir.
Konforunuzdan higbir sekilde 6diin vermeksizin rahat
bir ev ortaminin keyfini ¢ikarin.

kullanan Flash Streamer kifleri, virUsleri ve alerjenleri
yakalayarak daha temiz bir i¢ ortam havasi yaratir.

Isinlama dncesi ve sonrasi
virUsler

Isinlama oncesi ve sonrasi
mantar alerjenleri
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FDXM-F3

Yalnizca 200 mm yUkseklikte
kompakt gizli tavan tipi Unite

> Tavana dikkat cekmeyecek sekilde monte > Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz
edildiginden gérinmez bir Gnitedir: disaridan olun i¢ Unitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ag
yalnizca emis ve desarj izgaralari gorulebilir veya internet Uzerinden kontrol edebilir ve enerji
> Tozlar bir elektrik siptrgesiyle (kendi kendini tlketiminizi takip edebilirsiniz.
temizleme kiti secenegi) temizlenebildiginden » DC fan motoru sayesinde dusuk enerji tiketimi

yUkseltiimis oda i¢i hava kalitesi, yuksek verimlilik ve
distk bakim maliyetleri.

> Kompakt boyutlari sayesinde yalnizca 240 mm'lik bir
asma tavan bosluguna kolayca monte edilebilir

Kendi kendini temizleyen filtre secenedi Goklu bolge: birden fazla oda tek bir i¢
Unitesiyle beslenebilir
Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre

temizligi otomatik olarak gerceklesir. Toz, Gniteye Coklu bolgelere ayirma kiti, bir i¢ Gnitenin ¢ok sayida
entegre bir toz torbasinda toplanir. ayri kontrollU iklim bélgesine hizmet vermesini

Toz torbasi doldugunda, Unitenin agilmasina gerek saglayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekligini
kalmadan elektrik sipurgesiyle toz kolayca cekilebilir. artinir.

yonu
BENZERSIZ
\ Patent
\\ bekleniyor

NN\

"Tak ve calistir' plenum



Daikin Altherma hibrit
Sl pompasl + multi

Multi ézellikle Daikin Altherma hibrit 1si pompasi, bir multi sistemle bir hibrit 1s pompasiyla birlesmistir. Ozel portu sayesinde sicak su tretillir
ve eviniz aninda sogutulur. Multi 6zellikli Daikin Altherma hibrit 1si pompasi sogutma, isitma ve sicak su Uretimi amaciyla hepsi bir arada bir
sistemdir. Kolayca monte edilen ve akilli telefonunuz veya tablet bilgisayarinizda bir uygulama ile kontrol edilebilen multi 6zellikle Daikin
Altherma hibrit 1si pompasi, DAIKIN'In uzun yillar boyu konfor saglayacak akilli ¢ozumudur.

Bluevolution multi dis Unitelerimiz en iyi verime sahip
olmakla kalmamaktadir artik sicak su iiretimi icin de
kullanilabilir!

> 3,4 ve 5 portlu multi dis Uniteler

> Farkli split ic Unitelerle (Daikin Emura, FTXM, FTXP, FDXM)
birlestirilebilir

> Bir port sicak su Uretimi icin kullanilabilir

> Daikin'in online kumandasi sayesinde bir uygulama
ile kontrol edin

”

Hibrit 1s1 pompasi (gaz ve hava) radyatorler ve yerden
Isitma sistemine 1s1 saglamak amaciyla sicak su Uretir.

> Radyatorler ve yerden isitma sistemiyle alan isitma: enerji fiyatlarina,
dis ortam sicakligina ve i¢ 1s1 ytkine bagli olarak en ekonomik mod
secilir.

> Kullanim sicak suyu: Sicak su tretimi i¢in gaz yogusma teknolojisi
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Bluevolution ve
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enis B

IC Unite secenekler

evolution

BLUEBVOLUTION

Tipi Model Uriin adi 15 20 25 35 42 50 60 71  sayfa
Ururu Sarara
Isitma ve sogutma modunda m m m
Gstiin verimliliklerle nemlendirme FTXZ-N h (yalnizca(yalnizca (yalnizca 26
(veya nem alma), hava temizleme ve bire bir)  bire bir) bire bir)
havalandirma dahil eksiksiz klima kontroli
Daikin Emura i
Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim FTXJ-MW/S ‘ ¥ | m m B ED 27
harikasi e
°
CTXM-M (yalnizca 28
multi
Duvar tipi ‘ uit)
Duvar tipi tinite FTXM-M ¥ [@ [® [» [V [ [P =
2 bolgeli akilli g6z sayesinde optimum
verimlilik ve konfor icin sik ve modern
tasarim. Dusiik maliyetlidir ve kesintisiz
temiz hava saglar. FTXP-KG ) »mm O 2
FTXC-A —— (yalnizca (yalnizca (yalnizca (yalnizca
bire bir) bire bir) bire bir) | bire bir)
Ddseme tipi linite —
Désemetipi  Cift hava akisi sayesinde optimum isitma FVXM-F Y (A" 3 r»
konforu h“_
ince gizli tavan tipi tinite = =
Gizli tavan tipi  Yalnizca 200 mm yiikseklikte kompakt gizli FDXM-F3 u ) ) ) ) 30
tavan tipi Unite
Duvar tipi Gizli tavan tipi Doseme tipi Dairess] Tam diizkaset | Tavan tipi Gizli doseme tipi BIEGHED
P P ¥ P atish kaset P ¥ P pompasi
FTXJ-MW/S  CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32
ﬁzgﬂliri]tae?e“rir 20 25 35|50 15 20253542 50 60|71/20 25|35 25 35|50 60 25/35|/50 /60|25 35 50 35 50 60 2535 50 60 35|50 60 25 35 50 60 05 08
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Hibrit Multi; multi dis Gniteleri hibrit bir 1si pompasinda
bir araya getirmektedir. Bir port sicak su Gretimi i¢in
kullanilabilir ve diger portlarla evinizi sogutabilirsiniz.
Hibrit Multi, sogutma, 1sitma ve sicak su amaclyla hepsi
bir arada bir sistemdir. Kolayca monte edilen ve akilli
telefonunuz veya tablet bilgisayarinizda bir uygulama
ile kontrol edilebilen Hibrit Multi, DAIKIN'in uzun yillar
boyu konfor saglayacak akilli c6zimuddr.

@
i
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FTXZ-N + RXZ-N

Duvar tipi Unite

Isitma ve sogutma modunda Gstin verimliliklerle

nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve
havalandirma dahil eksiksiz klima kontrolU

> Nemlendirme, nem alma, taze havayla havalandirma, hava
temizleme ve Isitma + sogutma igin 1 sistemde benzersiz

kombinasyon

> 3alanl akilli gdz: hava, odada insanlarin bulunmadigi alanlara
dogru Uflenir. 3 ydnde tespit mimkunddr: sol, 6n ve sag. Oda

icerisinde insan varligi tespit edilmezse, Unite otomatik olarak enerji
tasarrufuna geger.

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Kendi kendine temizleme 6zelligi sayesinde filtrelerin
temizlenmesine gerek yoktur
> Sezonsal verimlilik degerleri: sogutma ve isitmada tim seri A+++

> Fisilti kadar sessiz calisma: Unitenin ¢alisma sesi neredeyse

duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!
> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin dUsey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir.

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glig

Sezonsal verimlilik

(EN14825 uyarinca)
#

%

Nominal verimlilik

ig inite
Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Ses glicli seviyesi
Ses basinci seviyesi

Kumanda sistemleri
Gli¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirhk

Ses glicii seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilar

Glg beslemesi
Akim - 50 Hz

FTXZ + RXZ
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Min./Nom./Maks. kw
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Enerji etiketi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Ortalama Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kW
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWh
EER
cop
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
FTXZ
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Tipi
Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA
Isitma Yiiksek/Dusiik/Sessiz ¢alisma dBA
Uzaktan kumanda
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
RXZ
Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek dBA
Isitma Yiiksek dBA
Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Tipi
Sarj kg
TCOe5
GWP
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim igindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi igin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.

24

25N + 25N

0,6/2,5/3,9

0,6/3,6/7,5
0,11/0,41/0,88
0,10/0,62/2,01

2,50
9,54
92

3,50
5,90
831
6,10 (1)
5,80 (1)
205

25N

10,7/5,3/4,0
11,7/6,7/4,8
54
56
38/26/19
39/28/19

25N

59
59
46
46

Urwru
B
Sarara

RXZ-N

35N + 35N
0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/9,0
0,11/0,66/1,33
0,10/1,00/2,53
A+++
3,50
9,00
136
A+++
4,50
573
1.100
5,30 (1)
5,00 (1)
330
A/A

35N
295x798x372
15

Kendi kendini temizleyen filtre

12,1/5,6/4,0
13,3/6,9/4,8
57
57
42/27/19
42/29/19
ARC477A1

1~/50/220-240

35N
693x795x300
50
61
61
48
48
-10~43
-20~18
R-32
1,34
09
675
6,35
9,5
10
8

1~/50/220-240
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ARC477A1

50N + 50N

0,6/5,0/5,8

0,6/6,3/9/4
0,11/1,10/1,60
0,10/1,41/2,64

5,00
8,60
203

5,60
5,50
1.427
4,55 (1)
4,47 (1)
550

50N

15,0/6,6/4,6
14,4/7,7/5,9
60
59
47/30/23
44/31/24

50N

63
64
49
50



FTXJ-MW/S + RXJ-M P DAaIxkINn

Duvar tipi Unite

Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim harikasi

> Simgelesen tasarim ve mihendislik harikasinin giimus rengi veya —

mat beyazi sik ylzeyle inanilmaz uyumu FTXJ-MW
Mukemmel tasarimi sayesinde Daikin Emura pek ¢ok kez
odullendirilmistir

GUmds alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: kararli bir temiz
hava beslemesi icin polenler gibi alerjenleri yakalar

Gevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi bir uygulama
kullanarak, yerel ag veya internet Gzerinden kontrol edebilir ve enerji
tiketiminizi takip edebilirsiniz.

Fisilti kadar sessiz calisma: Gnitenin calisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

2 alanlr akilli géz: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, (inite otomatik olarak enerji
tasarrufu ayarina geger

Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz

Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kosesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini birlestirir.

~

~

~

~

~

iy

RXJ20-35M

ARC466A9

~

~

~

Verimlilik verileri

Sogutma kapasitesi  Nom. kW 23 2,4 3,5
Isitma kapasitesi Nom. kw 2,50 3,20 4
Cekilen gli¢ Sogutma Nom. kw 0,50 0,51 0,86
Isitma Nom. kW 0,50 0,70 0,99
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW 2,30 2,40 3,50
SEER 8,73 8,64 7,19
» Yillik enerji tiiketimi kWh 92 97 170
ﬁ Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A++
iklim) Ptasarim kw 2,10 2,70 3,00
SCOP/A 4,61 4,60
Yillik enerji tiiketimi kWh 638 822 913
Nominal verimlilik EER 4,64 4,73 4,09
cop 5,00 4,57 4,04
Yillik enerji tiiketimi kWh 248 254 428
Enerji etiketi A/A
iq iinite FTXJ 20Mw 20MS 25MwW 25Ms 35MS 35MwW
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 303x998x212
Agirlik Unite kg 12
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 54 59
Isitma dBA 56 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 38/25/19 45/26/20
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A9
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXJ 20M 25M 35M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285
Agirlik Unite kg 34
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Sessiz calisma dBA 46/43
Isitma Yiiksek/Sessiz calisma dBA 47/44
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
Sarj kg 0,72
TCO,es 0,5
GWP 675
Boru baglantilarn Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20
Sistem Sarjsiz m 10
Ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklar icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim igindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.

4,8
5,80
1,43
1,59

A++
4,80
7,02

239

A+
4,60
4,28

1.505
335
3,65
716

L 50Ms

10,9/6,8/3,6
12,6/8,1/5,0
60
60
46/35/32
47/35/32

50M
735x825x300
a4
63

48/45
48/45

1,30
0,9

12,7
30

20

BLUEBVOLUTION

FTXJ + RXJ 20MW + 20M | 20MS +20M 25MW +25M 25MS +25M 35MS +35M 35MW +35M 50MW + 50M 50MS + 50M
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C/FTXM-M + RXM-M(9) BLUEVOLUTION

Duvar tipi Unite

Mikemmel i¢c ortam hava kalitesine
sahip sik duvar tipi tasarim

-
> Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri I\ >
Neredeyse isitilemez: Unite o kadar sessiz calisir ki, varhigini . W
unutacaksiniz. 2
Daikin'in Flash Streamer teknolojisi sayesinde daha daha temiz hava:
havanin temizliginden emin bir sekilde derin nefes alabilirsiniz FTXM20-42M
2 alanli akill gdz: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Uinite otomatik olarak enerji
tasarrufu ayarina geger R
Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi E.
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gzerinden kontrol i
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz. - J

=1
klima Unitesi RXM-M ARC466A33 _i

~

~

“

~

i¢ tasarimla ilgili Avrupa duyarliliklarina uygun ince, géze batmayan

~

Bir R-32 Urind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz

3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin dsey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir.

~

Verimlilik verileri FTXM +RXM  CTXM15M @ 20M+20M9 25M+25M9 35M+35M9  42M +42M9 50M +50M9 = 60M +60M9 | 71M +71M
Sogutma kapasitesi ~ Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/32 | 1,4/3,40/40 @ 1,7/42/50 | 1,7/500/53 | 1,9/6,00/6,7 | 2,3/7,10/8,5
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,50/3,5 | 1,3/2,8/4,70 @ 1,4/4,00/52 | 1,7/540/6,0 | 1,7/58/6,5 | 1,7/7,00/8,0 | 230/820/10,20
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,27/0,44/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,80/1,04 | 0,43/1,12/1,47 -/1,36/- 0,30/1,77/2,30 | 0,49/2,12/3,44
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,24/0,50/0,91 | 0,24/0,56/1,22 | 0,32/0,99/1,67 | 0,38/1,31/1,89 -/1,45/- 0,27/1,94/2,40 | 0,45/2,25/3,51
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+++ A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,00 2,50 3,40 420 5,00 6,00 7,10
» SEER sadece 8,53 8,52 8,51 7,50 733 6,90 6,11
% Yillik enerji tiketimi kWh | multi model 83 103 140 196 239 304 407
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi uygulamada A+++ A++ A+ A
iklim) Ptasarim kw |  mevcut 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Yillik enerji tiiketimi kWh 632 659 686 1.216 1.400 1.496 2.276
Nominal verimlilik EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 335
cop 5,00 4,40 4,12 4,00 3,61 3,65
Yillik enerji tiiketimi kWh 219 278 421 560 679 885 1.172
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A B/D
ig linite FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040%x295
Agirlik Unite kg 10 14,5
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Disiik/Sessiz galisma  m®/dak 11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/44 | 12,6/6,4/46 = 12,6/7,1/4,6 | 16,0/11,1/10,1 | 17,1/12,0/10,7 17,6/12,5/11,1
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma m*/dak 10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/53 | 104/7,1/53 | 13,0/7,1/53 | 16,7/12,2/109 |17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9
Ses guicli seviyesi Sogutma dBA 57 60
Isitma dBA 54 60 59 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yitksek/Diisiik/Sessiz alisma dBA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34,000 | 47/38/35
Isitma Yiksek/Diistik/Sessiz galisma ~ dBA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRCO73A1 BRC073A1
Glg beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis iinite RXM 20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300 734x870x320
Agirlik Unite kg 32 47 44 56,0
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59 61 63 64
Isitma dBA 59 61 63 62 63 64
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Dustik dBA 46/- 49/- 48/- 48/44 47/-
Isitma Yuksek/Dusuik dBA 47/- 49/- 48/- 49/45 48/-
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi Sadece R-32
Sarj kg | multi model 0,76 1,30 14 1,45 1,15
TCO,es | uygulamada 0,5 0,9 1,0 0,780
GWP mevcut 675
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5 12,7 15,9
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m 20 30
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 20 12 20
Glig beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15 20

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim icindir
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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FTXP-K3 + RXP-K3

Duvar tipi Unite

YUksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi Gnite

> 20 dBA'ya kadar dlsen calisma sesleriyle fisilti kadar sessiz calisma
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet zerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, dzellikle
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir
> Bir R-32 Urldnu tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusdrebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen gli¢

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

*

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Ses glicli seviyesi
Ses basinci seviyesi
Kumanda sistemleri
Gli¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik aralig

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl beslemesi
Akim - 50 Hz

FTXP + RXP
Nom. kw
Nom. kw
Sogutma Nom. kw
Isitma Nom. kw
Sogutma Enerji verimliligi sinifi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tuketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi
iklim) Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWh
EER
CcopP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
FTXP
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Tipi
Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA
Isitma Yiiksek/Diislik/Sessiz calisma dBA
Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
RXP
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yuksek dBA
Isitma Yiiksek dBA
Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT
Tipi
sarj kg
TCO,e5
GWP
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

20K3 + 20K3
2,00
2,50
0,50
0,52

2,00
6,79
103

2,20
4,65
662
4,02
4,77

20K3

9.8/59/44

10,3/6,5/5,3

39/25/20
39/28/21

20K3

55
55

60
61
46
47

BLUEVOLUTION

— — S
e —— — A
FTXP20-71K3
RXP25-71K3 ARC480A11
25K3 + 25K3 35K3 + 35K3 50K3 + 50K3 60K3 + 60K3
2,50 3,50 50 6,0
3,00 4,00 6,0 7,0
0,65 1,01 1,390 1,820
0,69 1,00 1,580 1,930
A++
2,50 3,50 5,00 6,00
6,92 6,64 6,72 6,82
126 185 260 308
A++ A+
2,40 2,80 4,60 4,80
4,61 4,64 4,10
728 845 1.571 1.640
3,83 3,48 3,61 3,29
4,36 4,02 3,80 3,63
A/A
25K3 35K3 50K3 60K3
286x770x225 295x990%x263
9,00 14
Cikartilabilir / yikanabilir
10,1/6,1/4,4 11,5/6,3/4,5 16,8/11,9/10,5 17,3/12,2/10,7
10,3/6,7/5,3 11,5/7,0/5,3 17,3/12,2/10,7 17,9/12,8/11,3
58 59 60
58 61
40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33
40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32
ARC480A11
BRC944B2 / BRCO73A1
1~/50/220-240
25K3 35K3 50K3 60K3
550x765x285 735x825x300
32 47
62 61 63
62 61 63
48 47 49
48 49
R-32
0,76 1,40 1,45
0,52 0,95 0,98
675
6,4
9,5 12,7
20,0 30
10,0 -
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
15,0 20,0

1~/50/220-240

e

O]

20-25-35 sinifi

71K3 + 71K3
71
82
2,690
2,570
A
7,10
5,30
469
A
6,20
3,81
2279
2,64
3,19

D/D

71K3

17,7/12,6/11,1
18,5/13,2/12,0

62

46/37/34
45/36/33

71K3
734x870x320
56
66
65
52
52

1,15
0,78

15,9
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FTXC-A + RXC-A
Duvar tipi Unite

Duvar tipi Gnite dtstk maliyetlidir ve
kesintisiz temiz hava saglar

> Stk dUiz 6n paneli i¢ dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi ¢cok

kolaydir
> 21 dB(A) degerine kadar sessiz calisma

» Sogutma modunda A++'ya kadar sezonsal verimlilik

> Bir R-32 UrlinG tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre

BLUEBVOLUTION

FTXC25-35A

Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

Verimlilik verileri FTXC + RXC
Sogutma kapasitesi  Nom. kw
Isitma kapasitesi Nom. kw
Cekilen glig Sogutma Nom. kw
Isitma Nom. kW
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji verimliligi sinifi
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW
° SEER
ﬁ Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi
iklim) Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWh
Nominal verimlilik EER
CcoP
Yillik enerji tiiketimi kWh
ig tinite FTXC
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Hava filtresi Tipi
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m?/dak
Fan - Cihaz disi statik basing Siiper yiiksek/Yiksek/Nom./Dijsiik/Maksimum kullanim siresi/Yiiksek Pa
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Siiper yiksek/Yiksek/Dilsiik/Sessiz calisma dBA
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Dis Uinite RXC
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yuksek dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi
Sarj kg
TCO,es
GWP
Boru baglantilan Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Gl beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

28

RXC25-35A BRC52A
25A +25A 35A +35A 50A + 50A
2,56 3,37 548
2,84 3,58 5,62
693 1.060 1.668
780 1.000 1.520
A++
2,56 3,37 5,48
6,14 6,11 6,79
146 193 283
A+
2,41 2,19 3,57
4,00 4,30
773 768 1.163
3,08 2,63 3,54
3,64 3,58 3,70
25A 35A 50A
288x859x209
9,0
Cikartilabilir / yikanabilir
9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7 15,0/11,8/10,6
9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7 15,3/11,8/10,6
0/0/0/0/0
53 54 55
41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32
1~/50/220-240
25A 35A 50A
550x658x289 628x855x328
24 26 41
58 60 64
45 46
10~46
-15~18
R-32
0,60 0,80 1,10
6,4
9,5
20
75
0,017 (7,5 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
15

1~/50/220-240

310x1.124x237

14,0

51

-10~46

12,7
30

60A + 60A
6,23
6,40
1.931
1.630

6,24
6,21
352

4,16
4,21
1.385
3,44
3,93

60A

18,5/14,4/12,4
18,9/14,4/12,4

61
46/43/37/33

60A
753x855x328
44
65



FDXM-F3/RXM-M9 BLUEVOLUTION
Gizli tavan tipi Unite

Yalnizca 200 mm yukseklikte kompakt gizli tavan tipi Gnite

> Tavana dikkat cekmeyecek sekilde monte edildiginden gériinmez
bir Unitedir: disaridan yalnizca emis ve desarj izgaralari gorulebilir

> Tozlar bir elektrik stipurgesiyle (kendi kendini temizleme Kkiti
secenegi) temizlenebildiginden yUkseltiimis oda ici hava kalitesi,
yUksek verimlilik ve dtstk bakim maliyetleri.

> Kompakt boyutlari sayesinde yalnizca 240 mm'lik bir asma tavan FDXM25-35F3
bosluguna kolayca monte edilebilir

\v ---\---'1

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol RXM25-35Mo BRCIES2A-B
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> DC fan motoru sayesinde disik enerji tiketimi

> Hem R-32 hem R-410A dis Unitelerle birlikte kullanilabilir

> Coklu bolge kiti birden fazla sayida, bireysel kontrol edilen iklim
bolgelerinin tek bir i¢ Gnite (secenek) tarafindan beslenmesine

& £

a‘ -

|

imkan tanir
Verimlilik verileri FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 +35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Sogutma kapasitesi  Nom kw 2,4 3,4 5,0 6,0
Isitma kapasitesi Nom kw 3,2 4,0 58 7,0
Cekilen glig Sogutma Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05
Isitma Nom. kw 0,80 1,15 1,87 2,18
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji verimliligi sinifi A+ A A+ A
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,40 3,40 5,00 6,00
i SEER 5,63 5,26 5,77 5,56
ﬁ Yillik enerji tiiketimi kWh 148 226 303 319
Isitma (Ortalama Enerji verimliligi sinifi A+ A
iklim) Ptasarim kw 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Yillik enerji tiiketimi kWh 858 1.046 1.424 1.693
Nominal verimlilik EER 3,77 2,98 3,06 2,93
CcopP 4,00 3,48 3,10 3,21
Yillik enerji tiiketimi kWh 3,18 570 816 1.024
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A C/B B/D c/C
ig linite FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 200x750%x620 200x1.150x620
Agirlik Unite kg 21 30
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Orta/Dusuk m?/dak 8,7/8,0/7,3 15,8/14,6/13,3 16,0/14,8/13,5
Isitma Yiiksek/Orta/Dusuk m?/dak 8,7/8,0/7,3
Fan - Cihaz digi statik basing Nom. Pa 30 40
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 53 55 56
Isitma dBA 53 55 56
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Orta/Disilik dBA 35/33/27 38/35/30
Isitma Yuksek/Orta/Dusiik dBA 35/33/27 38/35/30
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/230 1~/50/220-240
Dis linite RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765%285 735x825x300
Agirhk Unite kg 32 47
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59 61 62 63
Isitma dBA 59 61 62 63
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
arj kg 0,76 14 1,45
TCOzes 0,52 0,95 0,98
GWpP 675
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m 20 30
Sistem Sarjsiz m 10
llave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 20 20
Glig beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim icindir
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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FVXM-F + RXM-M9

Doseme tipi Unite

BLUEBVOLUTION

L=~
‘ ‘ ‘ Lot =
Cift hava akisi sayesinde optimum Isitma —
konforu icin doseme tipi Unite —_—
> Sogutma modunda A++'ya kadar sezonsal verimlilik — =
> YUksek olmamasindan dolayr pencere altina uyumlu sekilde monte
edilebilir _'""\'-N_.\_\ I =
» Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi h )
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol FVXM-F
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Sessiz calisma: 23 dBA'ya kadar dUsen ses basinci seviyesi
> Bir R-32 UrnU tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre =431
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz
RXM25-35M9 ARC452A1
Verimlilik verileri FVXM + RXM 25F + 25M9 35F +35M9 50F + 50M9
Sogutma kapasitesi  Nom. kw 2,5 35 5,0
Isitma kapasitesi Nom. kW 34 4,5 58
Cekilen gig Sogutma Nom. kw 0,60 1,09 1,55
Isitma Nom. kw 0,77 1,19 1,60
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50 3,50 5,00
i SEER 7,20 6,43 6,80
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 120 190 257
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+ A A
iklim) Ptasarim kw 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00 4,00
Yillik enerji tiketimi kWh 737 1.015 1.417
Nominal verimlilik EER 4,20 3,21 3,23
copP 4,42 3,78 3,63
Yillik enerji tiiketimi kWh 298 545 773
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite FVXM 25F 35F 50F
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x700x210
Agirhk Unite kg 14
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma m?/dak 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m?/dak 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 52 57
Isitma dBA 52 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC452A1
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXM 25M9 35M9 50M9
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Agirlik Unite kg 32 47
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA 59 61 62
Isitma dBA 59 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
arj kg 0,76 14
TCO,es 0,52 0,95
GWP 675
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-IU Maks. m 20 30
] Sistem Sarjsiz m 10
llave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gecen boru uzunluklar icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 20 20
Gii¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15
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CHYHBH-AV32

Daikin Altherma hibrit
ISI pompasi

Isitma, sogutma ve sicak su icin gazli, havadan suya ve
havadan havaya st pompasini birlestiren hibrit teknoloji

» Daikin Altherma hibrit 1si pompasi, havadan suya i1si pompa
teknolojisini gaz yogusma teknolojisi ile birlestirir

> Dis ortam sicakligina, enerji fiyatlarina ve dahili isitma yikine bagli
olarak Daikin Altherma hibrit 1si pompasi daima en ekonomik calisma

modunu secer

~

Dusuk yatinm maliyeti: mevcut radyatorlerin (80°C'ye kadar) ve

borularin degistiriimesine gerek yoktur

~

uygulamalarinda yeterli 1si saglar

montaj

~

32 kW'a kadar tim isitma yukleri karsilandigindan yenileme
Kompakt boyutlari ve hizli ara baglantilari sayesinde kolay ve hizli

Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi bir

uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tizerinden kontrol edebilir
ve enerji tUketiminizi takip edebilirsiniz.

~

baglanabilir (opsiyonel).

i¢ Unite
Merkezi 1sitma

Kullanim sicak suyu

Gaz

Besleme havasi

Baca gazi
Govde

Boyutlar

Agirhk

Glg beslemesi
Elektrik glicu tuketimi
Calisma sicaklik araligi

Notlar

Isitma girisi Qn (net kalorifik deger) Nom

80/60°C'de Cikis Pn'si
Verimlilik

Calisma sicaklik araligi
Cikis

Su akist

Calisma sicaklik araligi
Baglanti

Tuketim (G20)
Tiiketim (G25)
Tuketim (G31)
Baglant

Konsentrik

Baglant

Renk

Malzeme

Unite

Unite
Faz/Frekans/Gerilim
Maks.

Bekleme

Isitma

Isi pompaniza enerji saglamak icin fotovoltaik glines enerjisi panelleri

CHYHBH

Min-Maks kW

Min-Nom kW
Net kalorifik deger %
Min/Maks °C
Min-Nom kW
Debi Nom I/dk
Min/Maks °C
Cap mm
Min-Maks m’/sa
Min-Maks m’/sa
Min-Maks m’/sa
mm

mm

keaklibyGavdexle iinite n iclil mm
Bos kg
Hz/V

w

W

Ortam sicakhdi Min.~Maks. °C
Su tarafi Min.~Maks. °C

P paixkiIn

altherma

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-A2/3

05AV32

Beyaz

902x450x164
30
1~/50/230

-15~24
25~50

EKRUCBL

08AV32 EHYKOMB33AA2
76/62/76-27/22,1/27
82/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6
98/107
15/80
7,6-32,7
9,0/15,0
40/65
15
0,78-3,39
0,90-3,93
0,30-1,29
100
Evet
60
Beyaz - RAL9010
On kaplamali metal levha
710x-x450x240 820x-x490x270
20
1~/50/230
55
2

EHYKOMB33AA3

Su devresi merkezi 1sitma, emniyet vanasi igin:

bkz. CHYHBH*

(1) Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Kosul: Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Sogutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); 1sitma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(4) Sogutma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); 1sitma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

31



2/3/4/5MXM-M(9)/N

Multi model uygulama

BLUEBVOLUTION

> GUncel teknoloji ve akilli sistem sayesinde sogutmada A+++ ve
isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Tmulti dis Uniteye 5 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Uniteler bagimsiz
sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Unitelerin ayni odaya veya ayni
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. ic Uniteler, ayni isitma
veya sogutma modunda eszamanli olarak ¢alisir.

> Bir R-32 UrlinU tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda disurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

> Farkli tiplerde i¢ Uniteler baglanabilir: 6r. duvar tipi, tek yone Gflemeli
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.
> Dis Uniteler, dustk calisma sesi ve yiksek enerji verimliligi igin
yenilenen bir swing kompresérle donatiimistir
> Sky Air i¢ Unitelerine ve hibrit 1si pompasina (52,68 sinifi) baglanmasi

mUmkunddr 2MXM40-50M
> Birden fazla bire bir split kuruluma kiyasla alandan tasarruf saglar
Duvar tipi Gizli tavan tipi Doseme tipi Baiese] Tam diizkaset = Tavan tipi Gizli doseme tipi G
atigh kaset pompasi
FTXJ-MW/S  CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32
Biaggu'fl?tae'l’:r" 201253550 15 |20 25|35 4250|6071 20 25 35 25 35|50 60|25 35 50 60 25 35|50 35|50 60 25 35 50| 60 35 50 60 25 35 50 60 05 | 08
2MXM40M [ ® ([ ® | ® e (o|(o|0 oo |0 0|0 o0
2MXM50M9 (@ (@ ® o [J o o0 0 |0 o 0 0 0 0 O LA AK) AR
3MXM40N | ® © @ [J (A AK] oo [ 2K ) [ 2K ] [ ] [ 2K ] [ ] [ B ]
3MXM52N (@ (@ ® o [J o o0 0 |0 (A [ AKX 2K ) [ AKX AKX BN AN ) [ AKX BK ) [ 2K ] e e | e (]
BMXM68N (@ @ ®© @ © o o o o o o o 0 (0 0 06 0 0 0 O O O 0 O O O 0o 0 0o 0 0 O 0 0o o o o
AMXM68N ® ®© ®© © © o o o o o o ® O (0 0 06 0 0 0 0 0 0 06 O 0 O O O O 0 0 O O 0O o 0o o
4MXMBON ® ®© ®© © © o o o o o o o ® O 0 0 06 0 © 0 0 O 0 06 06 06 O O O O 0 0 O O O O 0o o o
SMXMOON (@ @ @ @ © o © o o o o o e/0o|/0o/0o/0o/ 000 0000 0 0 0 0 0 0 0o 0 0 0 0 0 0 o o
Dis Uinite 2MXM40M ‘2MXM50M9 3MXM40N @ 3MXM52N = 3MXM68N ‘ 4MXM68N ‘ 4MXM8ON | 5MXM90ON
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x958x340
Agirlik Unite kg 36 a1 57 62 \ 63 \ 67 68
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 59 61 64
Isitma dBA 62 59 61 64
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 48 ‘ 46 48 ‘ 49 52
Isitma Nom. dBA 50 | 48 47 48 ) 52
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
sarj kg 088 | 115 | 1,80 \ 2,00 \ 2,40
TCO,e5 06 | 08 | 1,2 \ 1,4 \ 1,6
GWP 675
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35 ‘ 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-i0 Maks. m 20 25
Sistem Sarjsiz m 20 -
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 10,02 (20 m'yi gecen boru uzunluklar icin) 0,02 (30 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 \ 30
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FDXM-F3

Split dis Unite

-

S
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Genis standart s

iC Unite secenekleri

Tipi Model Uriin adi 15 20 25 35 42 50 60 71 | sayfa

Daikin Emura ]
Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim FTXG-LW/S ‘ { ® Y A" 3 34

harikasi g
[ ] ([ ]
o CTXS-K (yalnizca (yalnizca 35
Duvar tipi tnite multi) multi)

2 bolgeli akilli g6z sayesinde optimum
verimlilik ve konfor icin sik ve modern
tasarim.

FTXS-K/G

G
g

Y 35

Duvar tipi FTX-J3/GV

G
©

Duvar tipi (inite bire bir)  bire bir)

Yuksek verimlilik ve konfor sunar

[ [»

(yalnizcal(yalnizca 37

[»
A" 4 (yalnizca (yalnizca 36
[»

FTX-KV - J ¥

bire bir) ' bire bir)
FTXK-AW/S L= (yalniza (yalnizca (yalnizca (yalnizca 38
Duvar tipi Unite —_——m bire bir) | bire bir) bire bir) | bire bir)

Dusuik enerji tiketimi ve yiiksek konfor

icin
FTXB-C : ‘! (yalnizca (yalnizca (yalnizca (yalnizcal(yalnizca 39
bire bir) bire bir) bire bir) bire bir)  bire bir)

Nexura - radyant i1si panelli déseme tipi

nite

Konforlu 1sitma ve cok diisiik calisma sesi FVXG-K Y 40

icin radyant 1sitma panelli sik doseme tipi
Déseme tipi unite

Ddseme tipi linite —
Cift hava akigi sayesinde optimum isitma FVXS-F 41
konforu icin doseme tipi tinite T—— J

Yer tavan tipi tnite

Asma tavani olmayan odalar icin ideal ®
Yer tavan tipi Y ¢In ideal, FLXS-B(9) (yalnizca! 42
tavana veya duvara monte edilebilen .
L L multi)
esnek Unite
ince gizli tavan tipi inite -
Gizli tavan tipi  Yalnizca 200 mm yikseklikte kompakt gizli FDXM-F3 w 43
tavan tipi Unite
Duvar tipi Gizli tavan tipi Dairesel Tam diiz Tavan Gizli doseme
atl; ] aset tlpl ﬂpl
kaset
FTXG-LW/S |CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FDXM-F3  |FDBQ-B/FBA-A| FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A
20 |25 |35 |50 |15 |35 20 |25 |35 |42 |50 |60 |71 |20 |25 (35 |50 |60 |71 {20 |25 |35 |50 |60 |71 |25 |35 |50 |60 |25 |35 |50 |60 |35 |50 |60 |25 |35 50 |60 |35 |50 |60 |25 |35 |50 |60
2MXS40H | o (@ | @ olo|o|o|e olo|e o(oe oo
2MXS50H (e (e |0 |0 0|0 0|0 0|0 |0e o|e|e K o|e|e K
3MXS40K (e @ | @ o|leo|o|e o|e|e K oo oo ° oo ° oo
3MXS52E (e (0|0 |0 0|0 0|0 0|0 |e o|o|o|e elo|o|e o|e|e o|e|e oo K oo KK
3MXS68G (e (e |e |0 0|0 0|0 0|00 o|o|o|e elo|o|e o|/o|o|(o|o|o|0o/eo|0o/0o|0o/0o|0o/0o|0o|0o|0o/0|je|0 0|0
4MXS68F (o | @ | 0|0 0|0 000|000 o|je|o|e|0 olo|o|o|e o|/o|o|(o|o|o|0o/eo|0o/0o|0o/0o|0o/0o|0o|0o|0o/0|je|0 0|0
4MXSB0E (@ (0|0 |0 (0|0 (0|0 (0|00 /0|0 /000|000 /0o|j0o/ 0|00 /00|00 /0o|/0|/0o|/0o/0o|0/co|j0o(0|j0o/0|j0e|0 00|00 o0
S5MXS9%0E (e (e|o |0 |0|0o|0o|0o |00 |0o|0o/eo|0o/o|0o/e|/0o/o|/eo|/o|0o/0o/eo|0o/o|j0o/e|j0o/e|e|/0|e/e|/0o|e /o0 /eo(0c/eo|e/e|je|(e|e|e
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FTXG-LW/S + RXG-L
Duvar tipi Unite

Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim harikasi

> Simgelesen tasarim ve mihendislik harikasinin giimds rengi veya
mat beyaz sik ylzeyle inanilmaz uyumu

> MUkemmel tasarimi sayesinde Daikin Emura pek ¢ok kez
odullendirilmistir

» Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Fisilti kadar sessiz calisma: Gnitenin ¢alisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

> 2 alanh akilli géz: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Unite otomatik olarak enerji
tasarrufu ayarina geger

> Sogutmada A+++ ve Isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik
degerleri

> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini birlestirir.

P DAaIxkINn

FTXG-LS

RXG20-25-35L

ARC466A1

Verimlilik verileri FTXG + RXG | 20LW +20L | 20LS +20L = 25LW +25L  25LS+25L  35LW+35L 35LS+35L  50LW +50L 50LS + 50L
Sogutma kapasitesi  Min./Maks. kw 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/53
Isitma kapasitesi Min./Maks. kw 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,320/0,501/0,760 0,320/0,523/0,820 0,350/0,882/1,190 0,370/1,360/1,880
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,310/0,500/1,120 0,310/0,769/1,320 0,320/0,985/1,490 0,310/1,589/2,490
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+++ A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,30 2,40 3,50 4,80
’ SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
ﬂ Yillik enerji tiiketimi kWh 94 99 175 251
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A++ A+
iklim) Ptasarim kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,24
Yillik enerji tiketimi kWh 639 821 913 1.519
Nominal verimlilik EER 4,59 (1) 3,97 (1) 3,53 (1)
CoP 5,00 (1) 4,42 (1) 4,06 (1) 3,65 (1)
Yillik enerji tiketimi kWh 250,5 261,5 441 680
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Boyutlar Unite YukseklikxGenislikxDerinlik mm 303x998x212
Agirlik Unite kg 12
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m®/dak 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 54 59 60
Isitma dBA 56 59 60
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/25
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/25
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A1
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXG 20L 25L 35L 50L
Boyutlar Unite YukseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Agirhk Unite kg 35 48
Ses gicti seviyesi Sogutma dBA 61 63
Isitma dBA 62 63
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Sessiz calisma dBA 46/43 48/44
Isitma Yiiksek/Sessiz calisma dBA 47/44 48/45 48/44
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10 ~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 1,05 1,6
TCOzes 2,2 33
GWP 2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5 12,7
Boru uzunlugu DU -iU Maks. m 20 30
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15 20
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim igindir,

(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek i¢in MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

Duvar tipi Unite

2 bolgeli akilli goz sayesinde optimum verimlilik
ve konfor icin sik ve modern tasarim.

> Fisilti kadar sessiz ¢alisma: Unitenin galisma sesi neredeyse duyulmaz.

Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

> 2 alanlrakilli g6z: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
(flenir; odada kimse tespit edilmezse, tnite otomatik olarak enerji

tasarrufu ayarina gecer (blyuk kapasite alani)

> 3-D hava akigl, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak igin dUsey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir

(35 sinifi ve Uzeri igin uygundur)

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Gnitenizi bir
uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gzerinden kontrol edebilir

ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Yiksek kaliteli mat kristal beyazi kaplama

> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen gli¢

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

‘

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Ses glicti seviyesi

Ses basinci seviyesi

Kumanda sistemleri
Gl¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi
Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl beslemesi
Akim - 50 Hz

Min./Nom./Maks.
Min./Nom./Maks.
Sogutma

Isitma

Sogutma

Isitma (Ortalama
iklim)

EER
cop

Yillik enerji tiiketimi

Enerji etiketi

Unite
Unite
Tipi
Sogutma

Isitma

Sogutma
Isitma
Sogutma

Isitma

Uzaktan kumanda

Faz / Frekans / Gerilim

Unite
Unite
Sogutma
Isitma
Sogutma
Isitma
Sogutma
Isitma

Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP

Sivi
Gaz
Boru uzunlugu

ilave sogutucu akiskan sarji

Kot farki

Faz / Frekans / Gerilim
Maksimum sigorta amperi (MFA)

FTXS + RXS
kw
kw

Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Enerji etiketi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiketimi kWh
Enerji etiketi
Ptasarim kw
scop
Yillik enerji tuketimi kWh
kWh
Sogutma/Isitma
FTXS
YukseklikxGenislikxDerinlik mm
kg
Yiksek/Nom./Dustik/ m®/dak
Sessiz ¢alisma
Yiiksek/Nom./Duisiik/ m>/dak
Sessiz calisma
dBA
dBA
Yiiksek/Nom./Diistik/ dBA
Sessiz calisma
Yiiksek/Nom./Dustik/ dBA
Sessiz calisma
Hz/V
RXS
YukseklikxGenislikxDerinlik mm
kg
dBA
dBA
Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA
Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT
Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT
DC mm
DC mm
DU-iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
kg/m
iU-DU Maks. m
Hz/V
A

C/FTXS-K

RXS20-42L(3)

ARC466A6

20K +20L3 | 25K +25L3 35K +35L3 42K+42L 50K +50L | 60G+60L 71G+71F8
-/2,00/- -/2,5/- | 1,4/3,5/4,0 |1,7/4,220/5,0 1,7/5,00/53  1,7/6,0/6,7 |2,3/7,10/8,5
1,53/2,5/43 | 1,3/2,8/4,7 |1,4/4,00/521,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,20/10,2
0,320/0,455 | 0,320/0,593 | 0,350/0,860 | 0,320/1,253 | 0,350/1,506 | 0,440/1,990 | 0,570/2,350
/0,760 /1,000 /1,190 /2,330 /1,810 /2,400 /3,200
0,310/0,530 | 0,310/0,600 | 0,340/0,840 | 0,400/1,310 | 0,300/1,450 | 0,400/2,040 | 0,520/2,550
/1,120 /1,410 /1,460 /1,980 /2,000 /2,810 /3,820
A++ A
2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
7,40 7,90 747 6,80 5,58 5,28
j;;jﬁfm?::'n’g‘ii't 95 11 164 216 257 376 an
A++ A+ A
2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276
4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 343 3,22
228 297 450 627 753 995 1.175
A/A B/B B/C
CTXS15K = CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
8 11 12
Cikartilabilir / yikanabilir
7,9/6,3/ 9,2/7,2/ 8,8/6,7/ 9,1/7,0/ 11,2/8,5/ 11,2/9,1/ 11,9/9.6/ | 16,0/16,0/ | 17,2/17,2/
4,7/39 52/3,9 4,7/3,9 5,0/3,9 5,8/4,1 7,0/41 7,4/4,5 11,3/10,1 11,5/10,5
9,0/7,5/ 10,1/8,1/ 9,5/7,8/ 10,0/8,0/ 12,1/9,3/ | 12,4/10,0/ | 13,3/10,8/ | 17,2/14,9/ | 19,5/16,7/
6,0/4,3 6,3/4,3 6,0/4,3 6,0/4,3 6,5/4,2 78/52 8,4/5,5 12,6/11,3 14,2/12,6
55 59 58 59 60 63
58 59 60 59 62
37/31/25/21|42/35/28/21 | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/19 | 45/39/33/21 | 46/40/34/23 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34
38/33/28/21 | 41/36/30/21 | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 45/39/29/19 | 45/39/33/22 | 47/40/34/24 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34
- ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
1~/50/220-240
20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
550x765x285 735x825x300 770x900x320
34 39 47 48 71
59 61 62 65
58 59 61 62 66
46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
47/-144 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49
-10~46
-15~18
R-410A/1,2/ | R-410A13/ | R-410A117/ | R-410A/1,5/ | R-410A/23/
Sadece multi model R-410A/1,0/2,1/2.087.5 2,5/2.087,5 2,7/2.087,5 3,5/2.087,5 3,1/2.087,5 4,8/2.087,5
uygulamada mevcut 6,35
9,5 9,5 12,7 15,9
20 30
10
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15 20,0
1~/50/220-240 1~/50/220-230-240 | 1~/50/220-240
10 20

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla
bilgi icin elektrik verileri cizimine bakiniz.
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FTX-KV + RX-K

Duvar tipi Unite

YUksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi Gnite

> 20 dB(A)'ya kadar disen ¢alisma sesleriyle fisilti kadar sessiz ¢alisma
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet zerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, dzellikle
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir
> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen gii¢
Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

%

Nominal verimlilik

ig linite

Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi
Ses giicti seviyesi
Ses basinci seviyesi
Kumanda sistemleri
Gl¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirlik

Ses giicti seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Glg beslemesi
Akim - 50 Hz

Nom.

Nom.

Isitma Nom.

Sogutma Enerji verimliligi sinifi
Ptasarim
SEER

Yillik enerji tiiketimi

Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi

iklim) Ptasarim

SCOP/A

Yillik enerji tiiketimi
EER
cop

Yillik enerji tiiketimi

Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik
Unite

Tipi

Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma
Sogutma

Isitma

Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma
Isitma Yiiksek/Distik/Sessiz calisma

Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Faz / Frekans / Gerilim

Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik

Unite

Sogutma

Isitma

Sogutma Yiiksek

Isitma Yiiksek

Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks.

Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks.

Tipi

sarj

GWP

Sivi DC

Gaz DC

Boru uzunlugu DU -iU Maks.
Sistem Sarjsiz

ilave sogutucu akiskan sarji

Kot farki iU-DU Maks.

Faz / Frekans / Gerilim
Maksimum sigorta amperi (MFA)

*Not: mavi hucreler 6n bilgileri icerir

FTX +RX
kW
kW
kW

kW
kWh
kw

kWh

kWh

FTX
mm
kg

m?/dak
m?/dak
dBA
dBA
dBA
dBA

Hz/V

RX
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CKT
°CYT

kg
TCO,e5

20KV + 20K

2,0
2,50
0,52

2,00
6,66
105

2,20
4,65
662
3,98
4,77
251

20KV

9,9/5,8/4,8
10,9/6,4/5,2

39/25/20
39/28/23

20K

&‘.

b

1

FTX20-35KV
20-25-35 sinffi
" —
I
| |
P
. o
RX20-35K ARC480A11
25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV + 71K
2,5 3,5 5,0 6,0 7,1
3,00 4,00 6,00 7,00 8,20
0,69 1,00 1,58 1,93 2,57
A++ A
2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
6,55 6,44 6,59 6,76 525
134 190 266 31 473
A++ A+ A
2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
4,61 4,64 4,10 3,81
729 845 1.570 1.640 2277
3,78 3,43 3,58 3,65 2,61
4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
331 510 698 822 1.360
25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
286x770x225 295x990x263
8 13,5
Cikartilabilir / yikanabilir
10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9 16,0/11,1/10,1 17,6/12,2/11,2
11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2 16,7/12,2/10,9 18,9/13,7/12,1
55 58 59 60 62
55 58 59 61
40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34
40/28/23 43/29/26 42/33/30 44/35/32 45/36/33
ARC480A11
BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073
1~/50/220-240
25K 35K 50K 60K 71K
550x658x275 735x870x320
28 46 49
60 62 60 63 66
61 62 63 66
46 48 47 49 52
47 48 49 52
-10~46 -10~46
-15~18
R-410A
0,74 1,0 1,13 1,45
1,5 2,1 2,36 3,03
2.087,5
6,35
9,5 12,7
15 30
10 -
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
12 20
1~/50/220-240
16 20,0
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FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)
Duvar tipi Unite

YUuksek verimlilik ve konfor saglayan duvar tipi Gnite

> 23 dB(A) degerine kadar sessiz calisma

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tzerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Unitenin kompakt boyutlar saeysinde yenileme projeleri, ézellikle
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir

> Sogutmada A++ ve 1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik
degerleri

Verimlilik verileri FTX + RX
Sogutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kW
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarinca) Sogutma Enerji etiketi
Ptasarim kw
‘, SEER
Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kw
SCoP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Nominal verimlilik EER
cop
Yillik enerji tiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
ig linite FTX
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Hava filtresi Tipi
Fan - Hava debisi Sogutma Viiksek/Nom./Dilsiik/Sessiz calisma  m*/dak
Isitma Viiksek/Nom./Dilsiik/Sessiz calisma  m*/dak
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi Sogutma Yiiksek/Nom./Dilsiik/Sessiz galisma dBA
Isitma Yiiksek/Nom./Dilsiik/Sessiz calisma dBA
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda
Glg beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Dis Uinite RX
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi Sogutma Yiiksek/Dustik dBA
Isitma Yiiksek/Dustik dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP
Boru baglantilarn Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-1U Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot fark iU-DU Maks. m
Gl beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

38

X 1 LA
20-25-35 sinifi
FTX20-35J3
¥
a1
RX20-35K ARC433A8
20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7
1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0
0,310/0,490/0,720 | 0,310/0,700/1,050 | 0,290/1,030/1,300 | 0,440/1,550/2,080 | 0,440/1,990/2,400
0,250/0,590/0,950 | 0,250/0,690/1,110 | 0,290/0,930/1,290 | 0,400/1,600/2,530 | 0,400/2,040/2,810
A++ A+ A
2,00 2,50 3,30 5,00 6,00
6,11 6,15 563 537
115 143 188 31 391
A+ A
2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
434 4,16 4,14 4,08 3,88
710 808 947 1578 1.730
4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
4,24 4,06 3,76 3,63 3,43
244 352 514 775 995
A/A B/B
20J3 25J3 35J)3 50GV 60GV
283x770x198 290x1.050x238
7 12
Cikartilabilir / yikanabilir
9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 | 14,7/14,7/10,3/9,5 | 16,2/16,2/11,4/10,2
9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 | 16,1/139/11,5/10,2 | 17,4/151/12,7/11,4
55 58 59 60
55 58 59
39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33
39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32
ARC433A87 ARC433B70
1~/50/220-240
20K 25K 35K 50GV 60GVB
550x658x275 735x825x300
28 48 47
60 62 63 62
61 62 64 62
46/- 48/- 47/44 49/46
47/- 48/- 48/45 49/46
-10~46 -10~46
-15~18
R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
6,35
9,5 12,7
15 30
10
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
12 20
1~/50/220-240
16 20



FTXK-AW/S +

RXK-A

Duvar tipi Unite

Dustk enerji tiketimi ve yUksek konfor
icin stk duvar tipi Unite

> Beyaz ve gimds renkte sik ve modern govde
> 21dB(A) degerine kadar sessiz ¢calisma
> Sogutma ve 1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glig

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

ﬁ

Nominal verimlilik

ig inite
Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi

Gl¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirhk

Ses glicti seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gli¢ beslemesi
Akim - 50 Hz

FTXK-AW

RXK25-35A

) |

FTXK-AS

C
>

FTXK + RXK | 25AW +25A  25AS +25A | 35AW +35A  35AS +35A  50AW +50A  50AS +50A  60AW +60A  60AS + 60A

Min./Nom./Maks.
Min./Nom./Maks.

Sogutma Min./Nom./Maks.
Isitma Min./Nom./Maks.
Sogutma Enerji verimliligi sinifi
Ptasarim
SEER

Yillik enerji tiketimi

Isitma (Ortalama Enerji verimliligi sinifi

iklim) Ptasarim

SCOP/A

Yillik enerji tiiketimi
EER
CcopP

Yillik enerji tiiketimi

Enerji Etiketleme  Sogutma/Isitma

Direktifi

Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik

Unite

Tipi

Sogutma Stper yuksek/Yiksek/
Diistik/Sessiz calisma

Isitma Stper yuksek/Yiksek/
Diistik/Sessiz calisma

Sogutma

Isitma

Sogutma Super yiiksek/Yuksek/
Duistik/Sessiz calisma

Isitma Siiper yiiksek/Yiiksek/

Diisiik/Sessiz calisma
Faz / Frekans / Gerilim

Unite YukseklikxGenislikxDerinlik

Unite

Sogutma

Isitma

Sogutma Nom.

Isitma Nom.

Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks.

Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks.

Tipi

sarj

GWP

Sivi DC

Gaz DC

Boru uzunlugu DU -iU Maks.
Sistem Sarjsiz

Kot farki iU-DU Maks.

Faz / Frekans / Gerilim
Maksimum sigorta amperi (MFA)

(1) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB diginda kullanim icindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.

kw
kw
kw
kw
kw
kWh

kw

kWh

kWh

FTXK
kg
m?/dak
m?/dak

dBA
dBA
dBA

dBA

Hz/V
RXK

kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CKT
°CYT

kg
TCO,e5

mm
mm

3

Hz/V

1,300/2,500/3,000
1,300/3,300/4,000
0,280/0,731/0,990
0,260/0,900/1,100

1,300/3,500/3,800
1,300/3,600/4,750
0,290/1,075/1,390
0,285/0,957/1,480

1,630/5,480/6,200
1,170/5,620/6,600
0,290/1,700/2,000
0,260/1,550/2,510

1,750/6,230/6,500
1,200/6,400/8,000
0,280/1,931/2,000
0,240/1,680/2,000

A+
2,50 3,50 5,48 6,23
5,66 5,86 5,93 6,09
155 209 324 359
A+
2,40 2,80 3,37 3,80
4,24 4,16 4,01 4,06
792 945 1.177 1310
3,42 (1) 3,26 (1) 3,22 (1) 3,23 (1)
3,67 (1) 3,76 (1) 3,63(1) 3,81(1)
365 537 851 964
A/A
25AW 25AS 35AW 35AS 50AW 50AS 60AW 60AS
297x890x210 320x1.172x242
9,0 14,0
Saranet
10,68/9,78/6,06/4,68 11,10/10,14/6,54/4,68 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,34/12,36
10,68/9,78/6,06/4,68 11,10/10,14/6,54/4,68 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,34/12,36
53 54 55 61
53 54 55 61
41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
1~/50/220-240
25A 35A 50A 60A
550x658x289 628x855x328 753x855x328
24 26 37 44
58 60 64 65
58 60 64 65
45 46 51
45 46 51
10~46 -10~46
-15~18
R-410A
0,74 1,00 1,25 1,45
1,5 2,1 2,6 3,0
2.087,5
6,35
9,52 12,70 15,90
20 30
7,5

1~/50/220-240
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FTXB-C + RXB-C

Duvar tipi Unite

Dusuk enerji tiketimi ve yiksek konfor icin duvar tipi Gnite ==
> Stk dUiz 6n paneli i¢ dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi cok
kolaydir "
> 21 dB(A) degerine kadar sessiz ¢alisma \ —-_——___J -
> Sogutma ve isitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri — s e
FTXB25-35C
B ¥ =
" -
RXB50-60C ARC470A1
Verimlilik verileri FTXB + RXB 20C +20C 25C+25C 35C+35C 50C + 50C 60C + 60C
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Cekilen glic Sogutma Min./Nom./Maks. kw | 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000
Isitma Min./Nom./Maks. kw | 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
" SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
ﬁ Yillik enerji tiketimi kWh 117 145 191 324 359
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+
iklim) Ptasarim kw 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Yillik enerji tiiketimi kWh 751 838 966 1.195 1.311
Nominal verimlilik EER 3,94 (1) 3,25(1) 3,21 (1) 3,22(1) 3,23 (1)
CoP 4,19 (1) 4,01 (1) 3,71 (1) 3,75(1) 3,81 (1)
Yillik enerji tiiketimi kWh 254 385 514 851 964
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Boyutlar Unite YukseklikxGenislikxDerinlik mm 283x770x216 310x1.065%x224
Agirhk Unite kg 8 14
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir Saranet
Fan-Havadebisi  Sogutma Super yiksek/Yuksek/  m?/dak -/9,1/5,9/4,7 -/9,2/6,0/4,8 -/9,3/6,1/4,9 16,38/15,00/11,82/10,62 | 19,92/18,5/14,34/12,36
Diistik/Sessiz calisma
Isitma Super yiksek/Yuksek/  m?/dak -/9,4/6,3/5,5 -/9,7/6,3/5,5 -/10,1/6,7/57 | 1638/1500/11,82/10,62 | 19,92/18,54/14,3/12,36
Diistik/Sessiz calisma
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 55 58 55 61
Isitma dBA 55 58 -
Sesbasinci seviyesi  Sogutma Super ylksel/Yuksek/ dBA -/39/25/21 -/40/26/21 -/41/27/23 44/40/35/32 46/43/37/33
Duistik/Sessiz calisma
Isitma Super ylksel/Yuksek/ dBA -/39/28/25 -/40/28/25 -/41/29/26 44/40/35/32 46/43/37/33
Dusuk/Sessiz calisma
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC470A1 AP GS02
Glg beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXB 25C 20C 35C 50C 60C
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275 753x855x328
Agirhik Unite kg 28 30 44
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 60 62 64 65
Isitma dBA 61 62 -
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom. dBA 46/- 48/- -/51
Isitma Yiiksek/Nom. dBA 47/- 48/- -/51
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 0,74 1,0 1,45
TCO,e5 1,5 2,1 3,0
GWP 2.087,5
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5 12,70 15,90
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m - 30
Sistem Sarjsiz m - 75
Kot farki iU-DU Maks. m -
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 -

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim igindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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FVXG-K + RXG-L

Radyant i1s1 panelli
doseme tipi linite

Konforlu isitma ve cok distik calisma sesi icin
radyant isitma panelli sik doseme tipi Unite

> Nexura i¢ Unitenin 6n panelindeki aliminyum parca, soguk
glnlerde konforun daha da arttirilmasi icin klasik bir radyatér gibi
Isinma kabiliyetine sahiptir. FUXG-K

» I¢ Unite havayi bir fisilti kadar sessiz tfler. Uretilen calisma sesi
miktarlari sogutma modunda 22 dBA ve radyatorli istma modunda
19 dBA degerine nadiren ulasir. Karsilastirma agisindan, sessiz bir
odadaki ortam sesinin ortalama 40 dBA oldugu bilinmelidir.

> Duvara veya yere monte edilebilir

» Yiksek olmamasindan dolayr pencere altina uyumlu sekilde monte
edilebilir

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

. o . . . RXG20-25-35L ARC466A2
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
» Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
Verimlilik verileri FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0
Cekilen giig Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50 3,50
[ SEER 6,53 6,48
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 134 189
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A++ A+
iklim) Ptasarim kW 2,80 3,10
SCOP/A 4,65 4,00
Yillik enerji tiketimi kWh 842 1.087
Nominal verimlilik EER 4,63 3,72
cop 4,42 3,75
Yillik enerji tiiketimi kWh 270 470
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig inite FVXG 25K 35K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x950%x215
Agirlik Unite kg 22
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0
Ses glicui seviyesi Sogutma dBA 52
Isitma dBA 53
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA 38/26/23 39/27/24
Isitma Z::f;;‘f:g:f;yg:f:ﬂ;a dBA 39/26/22/19 40/27/23/19
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A2
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXG 25L 35L
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285
Agirhik Unite kg 35
Ses glicui seviyesi Sogutma dBA 61 63
Isitma dBA 62 63
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiksek/Sessiz calisma dBA 46/43 48/44
Isitma Yiiksek/Sessiz calisma dBA 47/44 48/45
Calisma sicaklik araligr Sogutma Ortam sicakhdr Min.~Maks. °CKT -10 ~46
Isitma Ortam sicakhdr Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 1,05
TCO,e5 2,2
GWP 2.087,5
Boru baglantilari Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gecen boru uzunluklar icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gii¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

(1) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB diginda kullanim icindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) secmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
(3) Nexura ile birlikte calisma araligi, FVXG-K, sogutma: min. 10°C KT - maks. 46°C KT; 1sitma: min.-15°C YT - maks. 18°C YT

e ] [

50K + 50L
1,7/5,0/5,6
1,7/5,8/8,1
0,45/1,51/2,00
0,50/1,57/2,66
A
5,00
5,41
324

4,60
4,18
1.543
3,31
3,69
755

50K

10,6/7,3/6,0
12,2/7,8/6,8
58
60
44/36/32

46/34/30/26

50L
735x825x300
48

48/44

1,6
33

12,7
30

20

20
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FVXS-F + RXS-L(3)

Doseme tipi Unite

Cift hava akisi sayesinde optimum Isitma
konforu icin déseme tipi Unite

> Duvara veya yere monte edilebilir

> YUksek olmamasindan dolayr pencere altina uyumlu sekilde monte

edilebilir

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Sessiz calisma: 23 dBA'ya kadar dlsen ses basinci seviyesi
> Sogutma ve isitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glic

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

%

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Agirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi
Ses glicii seviyesi

Ses basinci seviyesi

Kumanda sistemleri
Gli¢ beslemesi

Dis iinite

Boyutlar

Agirhk

Ses glicii seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gli¢ beslemesi
Akim - 50 Hz

il

FVXS + RXS
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Min./Nom./Maks. kW
Isitma Min./Nom./Maks. kW
Sogutma Enerji etiketi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tuketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiketimi kWh
EER
CcopP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
FVXS
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Tipi
Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m?/dak
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma m?/dak
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Uzaktan kumanda
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
RXS
Unite YiikseklikxGeniglikxDerinlik mm
Unite kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Tipi
Sarj kg
TCO,es
GWP
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU -iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim igindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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FVXS-F
&
RXS25-35L.3 ARC452A1
25F + 25L3 35F +35L3 50F + 50L
1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000
0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600
A+
2,50 3,50 5,00
574 5,60 5,89
152 219 297
A+ A
2,60 2,90 4,20
4,56 3,93 3,80
798 1.033 1.546
4,12 (1) 3,30(1) 3,23 (1)
4,42 (1) 3,78 (1) 3,63 (1)
303 530 775
A/A
25F 35F 50F
600x700x210
14
Cikartilabilir / yikanabilir
8,2/4,8/41 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6
8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
52 60
52 60
38/26/23 39/27/24 44/36/32
38/26/23 39/27/24 45/36/32
ARC452A1
1~/50/220-240
25L3 35L3 50L
550x765x285 735x825x300
34 47
59 61 62
59 61 62
46/-/43 48/-/44 48/44/-
47/-144 48/-/45 48/45/-
-10~46
-15~18
R-410A
1,0 1.2 1,7
2,1 25 35
2.087,5
6,35
9,5 12,7
20 30
10 -
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
15 20,0

1~/50/220-240 1~/50/220-230-240



FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Yer tavan tipi Unite

Asma tavani olmayan odalar icin ideal, tavana
veya duvara monte edilebilen esnek tnite

> Tavana veya duvara montaj imkani; yUksek olmadigindan pencere
altina monte edilebilir

> Evde yokken calisma modu, i¢ ortam sicakligini evde kimse yokken

belirlediginiz konfor seviyesinde sabit tutarak, enerji tasarrufu saglar
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

bir uygulama kullanarak, yerel a§ veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Sogutma ve isitmada A'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glic

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

*

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Adirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi
Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi

Kumanda sistemleri
Glg beslemesi

Dis Uinite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl¢ beslemesi
Akim - 50 Hz

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim icindir, (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) segmek igin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla

Min./Nom./Maks.
Min./Nom./Maks.
Sogutma

Isitma

Sogutma

Isitma (Ortalama
iklim)

EER
cop

Yillik enerji tiketimi

Unite

Unite

Tipi

Sogutma

Isitma

Sogutma

Isitma

Sogutma

Isitma

Uzaktan kumanda

Faz / Frekans / Gerilim

Unite
Unite
Sogutma
Isitma
Sogutma
Isitma
Sogutma
Isitma
Tipi

sarj

GWP

Sivi

Gaz

Boru uzunlugu

ilave sogutucu akiskan sarji

Kot farki

Faz / Frekans / Gerilim

FLXS + RXS
kw
kw

Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Enerji etiketi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi
Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiketimi kWh
kWh
FLXS
YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
kg
Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak
Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak
dBA
dBA
Yiiksek/Diislik/Sessiz calisma dBA
Yiiksek/Diislik/Sessiz calisma dBA
Hz/V
RXS
YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
kg
dBA
dBA
Yiiksek/Diislik/Sessiz calisma dBA
Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA
Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT
Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
kg
TCO,e5
DC mm
DC mm
DU - iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
kg/m
iU-DU Maks. m
Hz/V
A

Maksimum sigorta amperi (MFA)

bilgi icin elektrik verileri cizimine bakiniz.

FLXS-B(9)

j!

RXS25-35L3 ARC433B67
25B +25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L
1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3
1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950
0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540
A B A
2,50 3,50 4,90
519 4,87 525
169 252 326
A
2,50 2,90 4,20
3,80
921 1.068 1.546
3,74 (1) 2,88 (1) 2,85
3,54 (1) 3,57(1) 335
334 608 860
25B 35B9 50B
490x1.050x200
16
Cikartilabilir / yikanabilir
7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5
9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8
51 53
51 59 -
37/31/28 38/32/29 47/39/36
37/31/29 46/33/30 46/35/33
ARC433B67
1~/50/60 / 220-240/220-230 1~/50/220-240 1~/50/60 / 220-240/220-230
25L3 35L3 50L
550x765x285 735x825x300
34 47
59 61 62
59 61 62
46/-/43 48/-/144 48/44/-
47/-144 48/-/45 48/45/-
-10~46
-15~18
R-410A
1,0 1,2 1,7
21 25 35
2.087,5
6,35
9,5 12,7
20 30
10 -
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15 20,0
1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
10 20

| [

o

Sadece multi model
uygulamada mevcut

60B

12,0/9,3/8,3
12,8/8,4/7,5
60
59
48/41/39
47/37/34

1~/50/230

Sadece multi model
uygulamada mevcut



FDXM-F3 + RXS-L(3)

Gizli tavan tipi Unite

Yalnizca 200 mm yukseklikte kompakt gizli tavan tipi Gnite

> Tavana dikkat cekmeyecek sekilde monte edildiginden gériinmez
bir Unitedir: disaridan yalnizca emis ve desarj izgaralari gorulebilir

> Tozlar bir elektrik stiplrgesiyle (kendi kendini temizleme kiti
secenegi) temizlenebildiginden yUkseltiimis oda ici hava kalitesi,
yUksek verimlilik ve dtstk bakim maliyetleri.

> Kompakt boyutlari sayesinde yalnizca 240 mm'lik bir asma tavan
bosluguna kolayca monte edilebilir

\E‘:'“ ~=

> DC fan motoru

e |

sayesinde dUsUk enerji tiketimi

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen gli¢

Sezonsal verimlilik
(EN14825 uyarinca)

®

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Adirlik

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Fan - Cihaz disi statik basing Nom.

Ses glicli seviyesi
Ses basinci seviyesi

Gl¢ beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi
Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl beslemesi
Akim - 50 Hz

FDXM + RXS
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Nom. kw
Isitma Nom. kW
Sogutma Enerji verimliligi sinifi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi
iklim) Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWh
EER
CcoP
Yillik enerji tiketimi kWh
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
FDXM
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Tipi
Sogutma Yiiksek/Orta/Diigiik m®/dak
Isitma Yiiksek/Orta/Diigiik m®/dak
Pa
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Orta/Dustk dBA
Isitma Yiiksek/Orta/Dustk dBA
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
RXS
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA
Isitma Yiiksek/Disuik/Sessiz calisma dBA
Sogutma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT
Tip/$arj kg-TCO,Eq/GWP
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-IU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
llave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

(1) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB diginda kullanim icindir
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kacagi devre kesicisi) se¢gmek i¢in MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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25F3 + 25L3

2,4
32
0,64
0,80
A+
2,40
5,63
149
A+
2,60
4,24
858
3,74
4,00
321
A/A

25F3

25L3

59

59
46/-/43
47/-/44

R-410A/1,0/2,1/2.087,5

J E

FDXS25-35F
p
I ,/'T\I i
o
- '_,-/J e
RXS25-35L3 BRCIES2A/B
35F3 + 35L3 50F3 + 50L 60F3 + 60L
3,4 5,0 6,0
4,0 58 7,0
1,15 1,65 2,06
1,15 1,87 2,18
A A+ A
3,40 5,00 6,00
521 5,72 5,51
228 306 381
A
2,90 4,00 4,60
3,88 3,93 3,80
1.047 1.425 1.693
2,96 3,03 291
3,48 3,10 3,21
574 825 1.030
B/A B/D Cc/C
35F3 50F3 60F3
200x750x620 200x1.150x620
21 30
Cikartilabilir / yikanabilir
8,7/8,0/7,3 15,8/14,6/13,3 16,0/14,8/13,5
8,7/8,0/7,3
30 40
53 55 56
53 55 56
35/33/27 38/35/30
35/33/27 38/35/30
1~/50/230 1~/50/220-240
35L3 50L 60L
550x765x285 735x825x300
34 47 48
61 62
61 62
48/-/44 48/44/- 49/46/-
48/-/45 48/45/- 49/46/-
-10~46
-15~18
R-410A/1,2/ R-410A/1,7/ R-410A/1,5/
2,5/2.087,5 3,5/2.087,5 3,1/2.087,5
6,35
9,5 12,7
20 30
10
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15 20,0
1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
10



Multi model uygulamalari

TUm uygulamalar

je

N uygunaur

Multi model uygulamalari

-« TUm ic Uniteler birbirinden bagimsiz sekilde kumanda edilebilir; ayni

odaya monte edilmis olmalari gerekli degildir.

- Farkliic Unite tiplerinin kombine edilmesi mumkdnddr: duvar tipi,

doseme tipi, asili tavan tipi, dairesel atisli kaset tipi veya gizli tavan tipi.

- Kademeli montaj mUmkundur.

MXS

Esnek montaj

> 2 portlu Unitelerden 5 portlu Unitelere kadar uzanan
cok genis bir Urlin aralidi tim uygulamalari mimkdn
kilar.

> 1 multi dis Uniteye 5 adede kadar i¢ Unite baglanabilir.

> Multi split dis Uniteler, distk ¢calisma sesi ve yiiksek
enerji verimliligi i¢in yenilenen "Daikin Swing
kompresor" ile donatilmistir.

> Dis Uniteler kompakt ve dayaniklidir ve kolayca ¢atiya
veya terasa yerlestirilebilir, dis duvara monte edilebilir

o 5MXS90E

RXYS(C)Q

Esnek montaj
> TVRV dis Uniteye 9 adede kadar i¢ Unite baglanabilir.

> 145 m'lik maksimum toplam boru uzunluguyla,
montaj konumu se¢iminde daha fazla esneklik saglar

?f? I V S -series

Q.Variable
® Refrigerant
Temperature
BP.

L (

.

-

)

: | N i
ﬁ'__' - & ﬁ% BP Refnet Ly __'i
S g, ./ >

™

RXYSQ4-6T8V
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2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

Multi model uygulama

> Multi model uygulamasi icin dis Uniteler.
> Dis Uniteler, dUstk calisma sesi ve yiksek enerji verimliligi igin
yenilenen bir swing kompresérle donatiimistir
> Tmulti dig Uniteye 5 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Uniteler bagimsiz
sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Unitelerin ayni odaya veya ayni
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Her Gnite ayni sogutma
veya Isitma modunda ¢alistiklari strece ayar noktasindan ve
fan devrinden bagimsiz sekilde bireysel olarak ve digerlerinden
bagimsiz olarak calisir.
> Farkli tiplerde i¢ Uniteler baglanabilir: r. duvar tipi, tek yone Gflemeli
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

3MXS52E/4MXS68E

5MXS90E 2MXS40-50H
Duvar tipi Doseme tipi Yer tavan Gizli tavan tipi Dairesel| Tamdiiz Tavan tipi| Gizli déseme
tipi atish kaset tipi
kaset
FIXGLW/S | CTXSK FTXSK FIXS-G| FTXKV FTXJ3 FVXGK FVXSF FLXS-B(9) FDXM-F3 FDBQB/FBA-A | FCAGA FFA-A FHA-A FNA-A
20{25(35|50(15|35|20/25|35(42|50|60|71| 20 |25|35(20|25|35|25|35|50|25|35|50|25|35/50(60|25|35|50|60|25|35|50|60|35|50/60|25/35|50(60|35|50/60|25(35|50|60
2MXS40H (e | e | @ eo(o|o|o|0 o (o000 |0o|0o|0|0o(0o|0|0 0| oo
2MXS50H (e|e|e e |0 |0 (0o 0o 0|0 o (A A A A AR AR AR AN AR B B B B B} e(o|e e|lo |0
3MXS40K (e @ | e eo|(o|o|o|0 o|lo|o|0o|(0o(0o|ee el o|e ) ol ° el
3BMXS52E (e e |eo |0 (0|0 |0 |0 0 0 e o|lo|o|o|0o|0o|e|0|e o|(o|e o|leo|e@ ol eo|lo|e@ oo o|(o|e
BMXS68G (@ (@ |eo |0 (0|0 |0 |0 0 0 e (A AR AR B R AR BN AR BN AN AN B AR AN ER BN BN AR BN BN AN R BN AN BN BN BN AN BN BN BN}
AMXS6SF |@ (@ oo |0 0|0 0|0 0|0 0 o|lo|o|o /0o |0o|0o(0o(0o|0o/0o/0o|0o(0o(0|/0o|0|0|(/0o|0|0 /00|00 /00|00 |ee
AMXS8B80E |@ | @ | o |0 @ 0|0 |0 0|0 00 e o|lo|o|o /o |0o|0o(0o (0000000000000 /000000000 |ee
SMXSO0E e e (e e (e 0| 0|0 0 0 0 0 e AR A R B AR AR A AN AR AR B BN BN AR AR AR AR AR AR BN BN BN BN AN AR AR BN R BN AN BN )
Dis linite 2MXS40H = 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Agirlik Unite kg 38 42 49 58 72 73
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 62 63 59 61 62 66
Isitma dBA - 60 -
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 47 48 46 48 52
Isitma Nom. dBA 48 50 47 49 52
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakidi Min.~Maks. °CKT 10~46 -10~46
Isitma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 1,20 1,60 2,0 2,59 2,6 2,99
TCO,es 2,5 33 4,2 54 6,2
GWP 2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5 9,52
Boru uzunlugu DU-I0 Maks. m 20 25
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (20 m'yi gegen boru uzunluklar icin) 0,02 (30 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/230
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20
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RXYSCQ-TV1 :;;_:&:.,:, TRV TV S _series

Temperatsre

VRV IV S serisi kompakt
ISI pompasi
En kompakt VRV

> Kompakt ve hafif tek fanli tasarim sayesinde Unite neredeyse hig fark
edilmez

> Tek bir iletisim noktasi Gzerinden bir binanin tim termal ihtiyaglarini
karsilar: hassas sicaklik kontrold, havalandirma, klima santralleri ve
Biddle hava perdeleri

> Genig i¢ Unite araligi: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi sik i¢
Uniteler baglanabilir

> VRV IV standartlarini ve teknolojilerini kullanir: Degisken Sogutucu
Akiskan Sicakligl, VRV configurator, 7 bolgeli ekran ve tam inverter
kompresdrler, sogutucu akiskan sogutmali PCB, yeni DC fan motoru

> Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA;
3. kademe: 41 dBA:

> Pik enerji tiketimini %30 ila 80 arasinda sinirlama imkani, rnedin RXYSCQTVI
yUksek guic talebinin oldugu dénemlerde

> Tum standart VRV &zelliklerine sahiptir

> Dokunmatik ekranli kumanda veya Daikin Bulut Hizmeti Gzerinden
sezgisel ve kullanicr dostu araylz

Baglanabilir sik i¢ Uniteler

15 SINIFI 20 SINIFI 25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI
Dairesel atisl kaset FCAG-A 3 3 °
Tam diiz kaset FFA-A ° ° ° °
Kiictik gizli tavan tipi tinite FDBQ-B ° ° ° °
ince gizli tavan tipi iinite FDXM-F3 ° ° ° .
Inverter fanl gizli tavan tipi Gnite FDA-A ° [ ° °
Daikin Emura - Duvar tipi tinite FTXG-LW/LS [ L L4 L4
Duvar tipi inite CTXS-K o °
Duvar tipi tinite FTXS-K [ ° ] [ °
Duvar tipi inite FTXS-G ° °
Tavan tipi tinite FHA-A ] ° °
Nexura - Déseme tipi Unite FVXG-K ° ° °
Ddseme tipi Unite FVXS-F ° ° °
Yer tavan tipi Gnite FLXS-B(9) ] ° ° e
Dis linite RXYSCQ 4TV1 5TV1
Kapasite araligi HP 4 5
Sogutma kapasitesi  Nom. 35°C KT kW 12,1 14,0
Isitma kapasitesi Nom. 6°CYT kw 12,1 14,0
Maks. 6°CYT kw 14,2 16,0
Cekilenglic-50Hz ~ Sogutma Nom. 35°CKT kw 3,43 4,26
Isitma Nom. 6°CYT kW 3,18 3,19
Maks. 6°CYT kw 4,14 5,00
Nom. kapasitede COP 6°CYT kW/kw 3,81 3,58
Maks. kapasitede COP 6°CYT kW/kw 3,43 3,20
ESEER - Otomatik 6,93 6,57
Baglanabilir maksimum i¢ Unite sayisi 64
ic endeks baglantisi  Min. 50 ‘ 62,5
Nom. -
Maks. 130 \ 162,5
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 823x940x460
Agirlik Unite kg 94
Fan Hava debisi Sogutma  Nom. m?/dak 91
Ses giicii seviyesi Sogutma Nom. dBA 68 ‘ 69
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 51 ‘ 52
Calisma sicaklik araligi Sogutma Min.~Maks. °CKT -5~46
Isitma Min.~Maks. °CYT -20~15,5
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Sarj TCO,es 7,7
kg 37
Boru baglantilan Sivi DC mm 9,52
Gaz DC mm 15,9
Gii¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32

(1) Gergekte baglanabilir i¢ tnite sayisi, i¢ Unite tipine (VRV DX i¢ Ginite, RA DX i¢ Unite vb.) ve sistemin baglanti orani kisitlamasina (%50 < CR < %130) baglidir.

BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Baglanabilir i¢ Gniteler 1~2 1~3
Baglanabilir maks. i¢ Unite kapasitesi 14,2 20,8
Baglanabilir maks. kombinasyon 71471 60+71+71
Boyutlar Yiikseklik x Genislik x Derinlik ‘mm 180x294x350

Agirk kg 7 8
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RXYSQ-T8V/RXYSQ-T(8)Y(1)

VRV IV S serisi 1si pompasi
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf saglayan ¢cézim

> Esnek montaj icin yerden tasarruf saglayan govde tasarimi

> Tek bir iletisim noktasi Gzerinden bir binanin tim termal ihtiyaglarini
karsilar: hassas sicaklik kontrold, havalandirma, klima santralleri ve
Biddle hava perdeleri

> Genis i¢ Unite araligi: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi sik i
Uniteler baglanabilir

> VRV IV standartlarini ve teknolojilerini kullanir: Degisken Sogutucu
Akiskan Sicakligi ve inverter kompresérler

> Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA;
3. kademe: 41 dBA:

> Pik enerji tiketimini 930 ila 80 arasinda sinirlama imkani, érnegin
yUksek gug talebinin oldugu dénemlerde

> Tdm standart VRV 6zelliklerine sahiptir

> Dokunmatik ekranl kumanda veya Daikin Bulut Hizmeti zerinden
sezgisel ve kullanici dostu araytiz

Baglanabilir sik i¢ Gniteler

15 SINIFI 20 SINIFI
Dairesel atisl kaset FCAG-A
Tam diiz kaset FFA-A
Kuck gizli tavan tipi tinite FDBQ-B
ince gizli tavan tipi Gnite FDXM-F3
Inverter fanlh gizli tavan tipi Gnite FDA-A
Daikin Emura - Duvar tipi tinite FTXG-LW/LS L4
Duvar tipi tinite CTXS-K (]
Duvar tipi tnite FTXS-K °
Duvar tipi tnite FTXS-G
Tavan tipi Unite FHA-A
Nexura - Déseme tipi Unite FVXG-K
Ddseme tipi tnite FVXS-F
Yer tavan tipi tnite FLXS-B(9)
Dis linite RXYSQ-T8V/RXYSQ-T(8)Y(1) 4TV1 5TV1
Kapasite araligi HP 4 5
Sogutma kapasitesi  Nom. 35°CKT kW 121 14,0
Eurovent kW
Isitma kapasitesi Nom. 6°CYT kW 12,1(1) 14,0 (1)
Maks. 6°CYT kw 14,2 (1) 16,0 (1)
Cekilen glic-50Hz ~ Sogutma Nom. 35°CKT kW 3,03 3,73
Eurovent kw
Isitma Nom. 6°CYT kW 2,68 (1) 3,27 (1)
Maks. 6°CYT kW 3,43(1) 4,09 (1)
Nom. kapasitede EER  Eurovent kW/kW
Nom. kapasitede COP 6°CYT kW/kW | 4,52 (1) 4,28 (1)
Maks. kapasitede COP 6°CYT kW/KW | 4,14 (1) 3,91 (1)
ESEER - Otomatik 7,89 7,49
Baglanabilir maksimum i¢ Unite sayisi
ic endeks baglantisi  Min. 50 62,5
Nom.
Maks. 130 162,5
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirhk Unite kg
Fan Hava debisi Sogutma  Nom. m®/dak
Ses giicii seviyesi Sogutma Nom. dBA 68 69
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 50 51
Calisma sicaklik araligr Sogutma Min.~Maks. °CKT
Isitma Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi
GWP
Sarj TCO,e5
kg
Boru baglantilan Swvi DC mm
Gaz DC mm 15,9
Toplam boru uzunlugu Sistem Gergek m 300
Gii¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32

s ol
e

yﬁy IV S -series

(1) Gergekte baglanabilir i¢ tnite sayisi, ic Unite tipine (VRV DX i¢ Ginite, RA DX i¢ Unite vb.) ve sistemin baglanti orani kisitlamasina (%50 < CR < %130) baglidir.

BP BPMKS967B2
Baglanabilir i¢ Uniteler 1~2
Baglanabilir maks. i¢ Unite kapasitesi 14,2
Baglanabilir maks. kombinasyon 71471
Boyutlar Yiikseklik x Genislik x Derinlik 'mm

Agirlik kg 7
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- ety
L
VR IY
LT
=
—
e =
=i )
25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
6TV1 4TY1 5TY1 6TY1 8TY1 10TY1 12TY1
6 4 5 6 8 10 12
15,5 12,1 14,0 15,5 -
R 22,4 28,0 33,5
15,5(1) 12,1 (1) 14,0 (1) 15,5(1) 22,4(1) 28,0 (1) 33,5(1)
18,0 (1) 14,2 (1) 16,0 (1) 18,0 (1) 25,0(1) 31,5(1) 37,5(1)
4,56 3,03 3,73 4,56 -
- 6,12 8,24 10,2
3,97 (1) 2,68 (1) 3,27 (1) 3,97 (1) 5,20 (1) 6,60 (1) 8,19 (1)
5,25(1) 3,43(1) 4,09 (1) 5,25(1) 6,22 (1) 8,33(1) 10,2 (1)
- 3,66 3,40 3,30
3,90 (1) 4,52 (1) 4,28 (1) 3,90 (1) 4,31 (1) 4,24 (1) 4,09 (1)
3,43(1) 4,14 (1) 391(1) 3,43(1) 4,02 (1) 3,78 (1) 3,66 (1)
6,73 7,89 7,49 6,73 6,72 6,41 6,18
64
70 50 62,5 70 100 125 150
182 130 162,5 182 260 325 390
1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
104 144 175 180
106 140 182
70 68 69 70 73 74 76
50 51 55 57
-5~46 -5~52
-20~15,5
R-410A
2.087,5
7,5 9,4 14,6 16,7
3,6 55 7 8
9,52 12,7
19,1 15,9 19,1 22,2 254
3N~/50/380-415
16 25 32
BPMKS967B3
1~3
20,8
60+71+71
180x294x350
8



Siesta

duvar tipi Uniteler

Siesta serisi, A+++'ya varan yuksek verimlilik
degerlerine sahip genis bir dizi duvar tipi Unite
sunar. Mikemmel konfor seviyeeri sunar ve ayni is
pompasina birden fazla tnite baglanabilir.

Siesta Bluevolution serisi

Tipi Model Uriin adi
Duvar tipi Gnite
2 bolgell akllll.goz ve Flz?sh.Streamer N ATXM-M
f s sayesinde optimum verimlilik ve konfor igin
W, stk ve modern Siesta tinite
Duvar tipi quar ti?i Unite o
Siesta, yuiksek verimlilik ve konfor sunarken ATXP-K3
cevre Uzerindeki olumsuz etkileri azaltir
ATXM-M
Bag!ar\ablllr ic 2 25 35
Uniteler
2AMXM40M L4 L4 L4
2AMXM50M L4 L4 L4
3AMXM52M L4 L4 L4

Siesta standart serisi  [R-410R

Tipi Model Uriin adi
Duvar tipi Gnite
2 bolgeli akill g6z sayesinde optimum
S e ATXS-K
verimlilik ve konfor icin sik ve modern
Siesta Unite
ATX-J3
Duvar tipi tnite
f, Siesta yuiksek verimlilik ve konfor sunar
W" ATX-KV
Duvar tipi
Duvar tipi Gnite
Dusuik enerji tiketimi ve yiiksek konfor ATXB-C
icin Siesta
Duvar tipi Unite
Siesta, duisiik maliyetlidir ve kesintisiztemiz ~~ ATXN-NB9
hava saglar
BP

Baglanabilir i¢ Uniteler

Baglanabilir maks. i¢ Unite kapasitesi

Baglanabilir maks. kombinasyon

Boyutlar Yiikseklik x Genislik x Derinlik |mm
Agirlik kg

Duvar tipi

50

BPMKS967B2
1~2
14,2
71471

BLUEBVOLUTION

20 25 35

[ ]
(yalnizca multi) m

A4

» [

ATXP-K3
20 25
[ ] [ ]
[ ] [ ]
20 25 35 50
[ ]
vz | [ [ [
multi)
(Sadece (Sadece (Sadece
2 portlu 2 portlu 2 portlu
multi) multi) multi)
(Sadece (Sadece (Sadece
2 portlu 2 portlu 2 portlu
multi) multi) multi)
(yalmizca | (yalnizca | (yalnizca
bire bir) bire bir) bire bir)
(yalnizca | (yalnizca | (yalnizca
bire bir) bire bir) bire bir)
BPMKS967B3
1~3
20,8
60+71+71
180x294x350
8

50

A" 4

35

60

(yalnizca
bire bir)

(yalnizca
bire bir)

sayfa

49

50

sayfa

52

53

54

55

56
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ATXM-M + ARXM-M9
Duvar tipi Unite

Mikemmel i¢c ortam hava kalitesine
sahip sik duvar tipi Siesta Unitesi

> Neredeyse isitilemez: Unite o kadar sessiz ¢alisir ki, varhigini
unutacaksiniz.

Daikin'in Flash Streamer teknolojisi sayesinde daha taze, daha temiz
hava: havanin temizliginden emin bir sekilde derin nefes alabilirsiniz
2 alanli akill géz: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, tnite otomatik olarak enerji
tasarrufu ayarina geger

Cevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i¢ UGnitenizi bir uygulama
kullanarak, yerel ag veya internet tzerinden kontrol edebilir ve enerji
tUketiminizi takip edebilirsiniz.

i¢ tasarimla ilgili Avrupa duyarliliklarina uygun ince, géze batmayan
klima Unitesi

~

~

~

~

BLUEBVOLUTION

ATXM20-35M

Cikartilabilir / yikanabilir

35M +35M9
1,4/3,40/4,0
1,4/4,00/5,2

0,32/0,83/1,08

0,32/0,99/1,67

3,40

140

686
4,09
4,04
415
A/A

35M9

12,6/6,4/4,6
10,4/7,1/5.3
60

45/29/19
39/28/20
ARC466A33

1~/50/220-240

35M

61
61
49/-
49/-
-10~46
-15~18
R-32

675
6,35

10

ARC466A33

0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)

> Bir R-32 rdind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre ARXM25-35M
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dustrebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz
> Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> 3-D hava akigl, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin dsey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir.
Verimlilik verileri ATXM + ARXM 25M + 25M9
Sogutma kapasitesi ~ Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,2
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,8/4,7
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,28/0,57/0,80
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,24/0,56/1,22
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50
i SEER 8,50
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 103
Isitma (Ortalama Enerji etiketi A+++
iklim) Ptasarim kw 2,40
SCOP/A 5,10
Yillik enerji tiiketimi kWh 659
Nominal verimlilik EER 4,39
cop 5,00
Yillik enerji tiiketimi kWh 285
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
i¢ iinite ATXM 25M9
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 294x811x272
Agirlik Unite kg 10
Hava filtresi Tipi
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m?®/dak 11,1/6,2/4,4
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 10,4/6,8/5,3
Ses glicl seviyesi Sogutma dBA 58
Isitma dBA 55
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 41/25/19
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 39/27/20
Kumanda sistemleri ~ Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1
Glg beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Dis Uinite ARXM 25M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285
Agirlik Unite kg 32
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59
Isitma dBA 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik dBA 46/-
Isitma Yiiksek/Duistik dBA 47/-
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi
Sarj kg 0,76
TCO,e5 0,5
GWP
Boru baglantilan Sivi DC mm
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m 15
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m 12
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10

50

1~/50/220-240

50M + 50M9
1,7/5,00/5,3
1,7/5,8/6,5
-/1,46/-
-/1,53/-
A++
5,00
7,31
239
A++
4,60
4,60
1.400
3,45
3,79
730

50M9
300x1.040x295
14,5

16,5/11,6/10,3
17,1/12,2/10,7
59
58
44/36/32
43/34/31

BRC944B2 / BRC073

50M
735x825x300
44
62
62
48/44
49/45

14
0,9

12,7
30

20



ATXP-K3 + ARXP-K3
Duvar tipi Unite

YUksek verimlilik ve konfor saglayan
Siesta sik duvar tipi Unite

» 20 dBA'ya kadar disen calisma sesleriyle fisilti kadar sessiz calisma

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

BLUBVOLUTION

> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, ézellikle ATXP20-35K3 D
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir
> Bir R-32 Urldnd tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusdrebilir ve yiksek -
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiiketimi elde
edebilirsiniz
> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim
ARXP25-35K3
Verimlilik verileri ATXP + ARXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3
Sogutma kapasitesi  Nom. kw 2,00 2,50 3,50
Isitma kapasitesi Nom. kw 2,50 3,00 4,00
Cekilen gli¢ Sogutma Nom. kw 0,50 0,66 1,01
Isitma Nom. kw 0,52 0,69 1,00
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji verimliligi sinifi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,00 2,50 3,50
5 SEER 6,75 6,85 6,56
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 104 128 187
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi A++
iklim) Ptasarim kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yillik enerji tiketimi kWh 664 730 848
Nominal verimlilik EER 3,98 3,79 3,45
coP 4,77 4,36 4,02
Yillik enerji tiiketimi kWh -
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig linite ATXP 20K3 25K3 35K3
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 286x770x225
Agirlik Unite kg 9
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/6,3/4,5
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 10,3/6,5/5,3 10,3/6,7/5,3 11,5/7,0/5,3
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 55 58
Isitma dBA 55 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Isitma Yiiksek/Diislik/Sessiz calisma dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21
Kumanda sistemleri ~ Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARXP 20K3 25K3 35K3
Boyutlar Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285
Agirlik Unite kg 32
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 62
Isitma dBA 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yuksek dBA 46 48
Isitma Yiiksek dBA 47 48
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -~
Isitma Ortam sicakhdi Min.~Maks. °CYT -~
Sogutucu akiskan Tipi R-32
Sarj kg 0,76
TCO,es 0,52
GWP 675
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,4
Gaz DC mm 9,50
Boru uzunlugu DU-i0 Maks. m 20,0
Sistem Sarjsiz m 10,0
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15,0
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A



2/3AMXM-M BLUEBVOLUTION

Multi model uygulama

> Glncel teknoloji ve akilli sistem sayesinde sogutmada A+++ ve
isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Tmulti dis Uniteye 3 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Gniteler bagimsiz
sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Unitelerin ayni odaya veya ayni
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Ayni isitma veya sogutma
modunda farkl ayarlarla calistirilabilir.

> Bir R-32 Urdnd tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre
Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda disurebilir ve yiksek

enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

> Dig Uniteler, disuk calisma sesi ve yiksek enerji verimliligi icin

yenilenen bir swing kompresorle donatilmistir

> Birden fazla bire bir split kuruluma kiyasla alandan tasarruf saglar

2AMXM40-50M
Duvar tipi
BAGLANABILIR i¢
UNITELER ATXM-M ATXP-K3
20 25 35 50 20 25 35
2AMXM40M [ ] [ [ [ °
2AMXM50M [J L[] [J [J [J [J L]
3AMXM52M [ ] [ [
Dis linite 2AMXM40M ‘ 2AMX50M 3AMXM52M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x868x320
Agirlik Unite kg 36 \ 41 57
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 59
Isitma dBA 62 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 48 ‘ 46
Isitma Nom. dBA 50 ‘ 48 47
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
Sarj kg 0,88 \ 1,15 \ 1,80
TCOses 0,6 0,8 1,2
GWP 675
Boru baglantilari Sivi DC mm 6,35 ‘ 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-i0 Maks. m 20 25
Sistem Sarjsiz m 20 30
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (20 m'yi gegen boru uzunluklari icin) 0,02 (30 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 \ 30
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ATXS-K + ARXS-L(3)
Duvar tipi Unite

2 bolgeli akilli goz sayesinde optimum verimlilik ve
konfor sayesinde sik ve modern Siesta Unite

> Fisilt kadar sessiz calisma: Unitenin galisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

> 2 alanh akilli g6z: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru
(flenir; odada kimse tespit edilmezse, inite otomatik olarak enerji

tasarrufu ayarina geger (blyUk kapasite alani)

> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi

ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir

(35 sinifi ve Uzeri icin uygundur)

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> YUksek kaliteli mat kristal beyazi kaplama

> Sogutma ve I1sitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri ARXS25-3513 ARCA466A6
Verimlilik verileri ATXS + ARXS 25K + 25L3 35K +35L3 50K + 50L
Sogutma kapasitesi ~ Min./Nom./Maks. kw -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/5,00/5,3
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,80/6,5
Cekilen glig Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,320/0,602/1,000 0,350/0,840/1,190 0,350/1,587/1,810
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,310/0,620/1,410 0,340/0,840/1,460 0,300/1,450/2,000
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji verimliligi sinifi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50 3,50 5,00
SEER 7,51 7,10 6,46
%‘ Yillik enerji tiiketimi kWh Sadece multi model 117 173 271
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi uygulamada mevcut A++ A+
iklim) Ptasarim kw 2,50 3,60 4,60
SCOP/A 4,68 4,61 4,00
Yillik enerji tiiketimi kWh 747 1.094 1.608
Nominal verimlilik EER 4,15 (1) 3,70(1) 3,15(1)
cop 4,52 (1) 4,76 (1) 4,00 (1)
Yillik enerji tiiketimi kWh 301 473 794
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite ATXS 20K 25K 35K 50K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 289x780x215 298x900x215
Agirlik Unite kg 8 1
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiksek/Diistik/Sessiz calisma m?/dak 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,9/7,4/4,5
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 13,3/8,4/5,5
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 56 58 59 60
Isitma dBA 56 58 59 60
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA 40/24/19 41/25/19 45/29/19 46/34/23
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 40/27/19 41/27/19 45/29/19 47/34/24
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A6 ARC466A9
Gii¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARXS 25L3 \ 35L3 50L
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Agirlik Unite kg 34 47
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA 59 61 62
Isitma dBA 59 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiksek/Diitik/Sessiz calisma dBA 46/-/43 48/44/- 48/-/44
Isitma Yiksek/Diistik/Sessiz calisma dBA 47/44/- 48/45/- 48/-/45
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT 10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
sarj kg Sadece multi model 1,0 ‘ 1,2 ‘ 1,7
TCO.e5 uygulamada mevcut 2,1 ‘ 2,5 ‘ 3,5
GWP 2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 95 \ 12,7
Boru uzunlugu DU-IU Maks. m 20 ‘ 30
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gecen boru uzunluklari icin)
Kot farki i0-DU Maks. m 15 ‘ 20
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 ‘ -

(1) Eurovent 2012'ye gre EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir,
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) segmek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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ATX-KV + ARX-K

Duvar tipi Unite

. f
YUksek verimlilik ve konfor saglayan _—
Siesta sik duvar tipi Gnite e
» 20 dB(A)'ya kadar disen calisma sesleriyle fisilti kadar sessiz calisma ‘
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi /1 = -
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tizerinden kontrol _— =T=T.
edebilir ve enerji tiiketiminizi takip edebilirsiniz. o =
> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, ézellikle ATX20-35K =
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir
> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim = i
= -
s
=y
- —_—
ARX20-35K ARC480A11
Verimlilik verileri ATX + ARX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K
Sogutma kapasitesi  Nom. kw 2,0 2,5 3,5
Isitma kapasitesi Nom. kw 2,5 3,0 4,0
Cekilen glic Isitma Nom. kw 0,524 0,688 0,995
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,00 2,50 3,50
. SEER 6,62 6,46 6,42
ﬂ Yillik enerji tiiketimi kWh 106 135 191
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A++
iklim) Ptasarim kw 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yillik enerji tiiketimi kWh 664 730 849
Nominal verimlilik EER 3,97 3,78 3,43
copP 4,77 4,36 4,02
Yillik enerji tiiketimi kWh 252 331 510
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite ATX 20KV 25KV 35KV
Boyutlar Unite YukseklikxGenislikxDerinlik mm 286x770x225
Agirhk Unite kg 8
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9
Isitma Yiiksek/Diigtik/Sessiz calisma m?/dak 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 55 58
Isitma dBA 55 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz ¢alisma dBA 39/28/23 40/28/23 43/29/26
Kumanda sistemleri ~ Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARX 20K 25K 35K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275
Agirhk Unite kg 28
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 60 62
Isitma dBA 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek dBA 46 48
Isitma Yiiksek dBA 47 48
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 0,74 1,0
TCO,e5 1,5 2,1
GWP 2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU -iU Maks. m 15
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari iin)
Kot farki iU-DU Maks. m 12
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
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ATX-J3 + ARXK jﬁﬂ
Duvar tipi Unite B

Yuksek verimlilik ve konfor saglayan Siesta duvar tipi Gnite

> 23 dB(A) dederine kadar sessiz ¢alisma
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

. o . . . e -
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet zerinden kontrol % \
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz. =
> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, dzellikle
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir ATX2035)3
> Sogutmada A++ ve 1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik
degerleri [E =5
- - Q]
E
ARX20-35K ARC433A89 I |
Verimlilik verileri ATX + ARX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8
Gekilen giig Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW 2,00 2,50 3,30
7 SEER 6,11 6,15
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh
115 142 188
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+
iklim) Ptasarim kw 2,20 2,40 2,80
SCOP 4,34 4,16 4,14
Yillik enerji tiiketimi kWh
711 809 947
Nominal verimlilik EER 4,09 3,55 3,21
CcopP 4,24 4,06 3,76
Yillik enerji tiketimi kWh 244 352 514
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite ATX 20J3 25J3 35J3
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 283x770x198
Agirhk Unite kg 7
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Nom./Diistik/ m?/dak
Sessiz calisma 9,1/7,4/59/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/49
Isitma Suiper yuiksek/Yuksek/ m?/dak
Nom./Diisiik 9.4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7
Ses giicli seviyesi Sogutma dBA 55 58
Isitma dBA 55 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom./Duistik/ dBA
Sessiz galisma 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23
Isitma Yiiksek/Nom./Diistik/ dBA
Sessiz galisma 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC433A89
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARX 20K 25K 35K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275
Agirlik Unite kg 28
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 62
Isitma dBA 61 62
Ses basinci seviyesi Sogutma Yiksek dBA 46 48
Isitma Yiksek dBA 47 48
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-IU Maks. m 15
Sistem Sarjsiz m 10
llave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 12
Gii¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla
bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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ATXB-C + ARXB-C

Duvar tipi Unite

Dustk enerji tiketimi ve yUksek konfor
icin Siesta duvar tipi Unite

> Stk dUiz 6n paneli i¢ dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi ¢cok

kolaydir

> 21 dB(A) degerine kadar sessiz calisma
» Sogutma ve 1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glig

Sezonsal verimlilik

(EN14825 uyarinca)
¥

%

Nominal verimlilik

ig linite
Boyutlar

Agirhk

Hava filtresi

Fan - Hava debisi

Ses glicii seviyesi

Ses basinci seviyesi

Kumanda sistemleri
Gl beslemesi

Dis linite

Boyutlar

Adirlik

Ses giicii seviyesi
Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan
Boru baglantilan

Glg beslemesi
Akim - 50 Hz

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla

ATXB + ARXB
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Min./Nom./Maks. kW
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Enerji etiketi
Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiketimi kWh
Isitma (Ortalama Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kw
SCOP
Yillik enerji tiiketimi kWh
EER
cop
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
ATXB
Unite YikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Tipi
Sogutma Stiper yiiksek/Yiiksek/ m?/dak
Nom./Dustik/Sessiz calisma
Isitma Stiper yiiksek/Yiiksek/ m?/dak
Nom./Dustik/Sessiz calisma
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Suiper ytiksek/Yuksek/ dBA
Nom./Diistik/Sessiz calisma
Isitma Siiper ytiksek/Yiksek/ dBA
Nom./Dustik/Sessiz calisma
Uzaktan kumanda
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
ARXB
Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Unite kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma Yiiksek/Nom. dBA
Isitma Yiiksek/Nom. dBA
Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

bilgi icin elektrik verileri cizimine bakin.
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25C+25C

1,3/2,5/3,0

1,3/2,8/4,0
0,310/0,770/1,050
0,250/0,700/1,110

Sstn

ARXB25-35C

35C+35C

1,3/3,3/3,8

1,3/3,5/4,8
0,290/1,030/1,300
0,290/0,940/1,290

2,50 3,30
593 6,02
148 192
2,40 2,80
4,01 4,04
838 970
3,25 3,21
4,01 3,71
385 514
25C 35C
283x770x216
8

Cikartilabilir / yikanabilir

-/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 | 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36
-/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 | 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36
55 58 55 61
55 58 -
-/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33
-/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33
ARC470A1 -
1~/50/220-240
25¢C 35C 50C 60C
550x658x275 753x855x328
28 30 44
60 62 64 65
61 62 -
46/- 48/- -/51
47/- 48/- -/51
-10~46
-15~18
R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
635
95 12,70 15,90
15 30
10 7.5
12 10
1~/50/220-240
16 20

ATXB25-35C

A+

A+

A/A

[ R

ARCA470A1

50C +50C
1,630/5,480/6,200
1,170/5,620/6,600
0,280/1,700/1,910
0,240/1,500/1,880

5,48
593
324

3,64
4,27
1.195
3,22
3,75
851

50C

60C +60C
1,750/6,230/6,500
1,200/6,400/7,100
0,280/1,931/2,000
0,240/1,680/2,000

6,23
6,09
359

3,80
4,06
131
3,23
3,81
964

60C

310x1.065x224

14

Saranet




ATXN-NB9 + ARXN-NB9 f,ﬁ-ﬁ
Duvar tipi Unite

—
S 2,
. e - . . LWL
Siesta duvar tipi Unite distk maliyetlidir
ve kesintisiz temiz hava saglar
> Stk dUiz 6n paneli i¢ dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi ¢cok — _\.\ =
kolaydir N
» 21 dB(A) degerine kadar sessiz calisma —
» Sogutma ve 1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
ATXN-NB
' L
| |
L
= = & (=
ARXN25-35NB AP GS02
Verimlilik verileri ATXN + ARXN 25NB9 + 25NB9 35NB9 + 35NB9 50NB9 + 50NB9 60NB9 + 60NB9
Sogutma kapasitesi  Nom. kw 2,560 3,410 5,480 6,230
Isitma kapasitesi Nom. kw 2,840 3,580 5,620 6,400
Cekilen gli¢ Sogutma Nom. kw 0,693 1,060 1,668 1,931
Isitma Nom. kw 0,700 0,950 1,550 1,680
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A+
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,56 341 548 6,23
[ SEER 5,66 5,86 5,79 5,96
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 159 204 331 366
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+
iklim) Ptasarim kW 2,41 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,00 4,01 4,06
Yillik enerji tiketimi kWh 842 981 1.177 1.310
Nominal verimlilik EER 3,69 3,22 3,29 3,23
CcoP 4,06 3,77 3,63 3,81
Yillik enerji tuketimi kWh 347 530 833 964
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite ATXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 288x859x209 310x1.124x237
Agirlik Unite kg 9,0 14,0
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Siiperyiiksek/Yiksek/Diiki/Sessizalima  m*/dlak 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,00/11,80/10,60 19,90/18,50/14,40/12,40
Isitma Siper yiksek/Yiksek/Diisik/Sessiz alisma ~ m>/dak 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,30/11,80/10,60 19,90/18,90/14,40/12,40
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 53 54 55 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma Stiper yiksek/Yksek/Diisiki/Sessiz calisma dBA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Agirlik Unite kg 24 26 37 44
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 58 60 64 65
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yuksek dBA 45 46 51
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT 10~46 -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 0,74 1,00 1,45
TCO,e5 1,5 2,1 3,0
GWP 2.087,5
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,52 12,70 15,90
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20 30
Sistem Sarjsiz m 7,5
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (7,5 m'yi gecen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 10,0
Gl beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -
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2/3AMX-E/G

Multi model uygulama

o —
> Multi model uygulamasi icin dis Gniteler.
> 1 Multi dis Uniteye 3 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Uniteler bagimsiz
sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Gnitelerin ayni odaya veya ayni
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Ayni isitma veya sogutma
modunda farkli ayarlarla calistinlabilir.
> Inverter dis Unitelerin kullaniimasi sayesinde ylksek enerji
verimliligine ve ¢ok dustik calisma sesi seviyesine sahip klima
sistemleri elde edilmektedir. 2AMX40-50G
> Dis Uniteler, dUsUk calisma sesi ve yiksek enerji verimliligi igin
yenilenen bir swing kompresérle donatiimistir
> Daikin dis tniteler kompakt ve dayaniklidir ve kolayca catiya veya 1
terasa yerlestirilebilir, dis duvara monte edilebilir s
> Birden fazla bire bir split kuruluma kiyasla alandan tasarruf saglar
3AMX52E
Duvar tipi
ATXS-K ATX-J3 ATX-KV
Baglanabilir i¢ Gniteler 20 25 35 50 20 25 35 20 25 35
2AMX40G [ J [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
2AMX50G [ J [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
3AMX52E ® ® ®
Dis iinite 2AMX40G 2AMX50G 3AMX52E
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 735x936x300
Agirlik Unite kg 38 42 49
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 62 63 59
Isitma dBA - 60
Ses basinci seviyesi  Sogutma Nom. dBA 47 48 46
Isitma Nom. dBA 48 50 47
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT 10~46 -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan  Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1,20/2,5/2.087,5 R-410A/1,60/3,3/2.087,5 R-410A/2,0/4,2/2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20 25
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (20 m'yi gegen boru uzunluklari icin) 0,02 (30 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
0-10 Maks. m 7,5
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/230
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20
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Daikin Emura FTXG-LW/S
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Isitmaya

optimize

Yasam icin tasarlanmistir:
en soguk bolgelere dahi
uygun ¢ozumler

> -25°C dig ortam sicakligina kadar 1sitma kapasitesi
garanti edilen genis i¢ Unite se¢enekleri (duvar tipi,
doseme tipi)

» Benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi: defrost
dongusu gelistirilerek, daha disuk isletme maliyetleri
saglanir ve buz birikmesi engellenir

Bircok kisi icin, toplam i¢ ortam havasi kontrold,
evindeki her bir alan icin istenilen sicakligi segebilmek
ve disaridaki sicaklik ne olursa olsun, hatta -25°C'ye
kadar s6z konusu sicakligi koruyabilmek demektir. Bu
da konut uygulamalarinda tiim yil boyunca konfor igin
Isitma, sogutma ve yUksek hava kalitesi gerektirir.

En soguk bolgelerde, st pompamizin dis Gniteleri,
mukemmel enerji verimliligi de@erleriyle zorlu hava
kosullarina dayanacak bicimde yeniden tasarlanmustir.
i¢ Unitelerimiz her tirlt dekora sorunsuz uyum
saglayan simgesel tasarimlariyla cok sayida prestijli
odule layik gérulmastar.

ic Uniteler fisilti kadar sessiz calisacak ve temizlenmis
havayi rahatsizlik yaratan soguk hava etkileri olmaksizin
dagitacak sekilde tasarlanir. Gergek tasarim, gercek
klima kontrold.

Tipi Model Uriin adi 25 35
Daikin Emura
Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim FTXG-LW/S ‘ (A" 3 (A" 2
harikasi -

Duvar tipi Gnite

Duvar tipi 2 bf)lgsll akilli g6z Sfa){esmde optimum FTXLS-K3 B m
verimlilik ve konfor icin sik ve modern e (yalnizca bire bir) (yalnizca bire bir)
tasarim. o
Duvar tipi tnite i
- - FTXL-JV
Yiiksek verimlilik ve konfor sunar (yalnizca bire bir) (yalnizca bire bir)
Nexura - radyant 1s1 panelli ddseme tipi
Gnite
Konforlu isitma ve ok diistik calisma sesi FVXG-K r» A"
icin radyant isitma panelli sik doseme tipi
. - Uinite
Doéseme tipi
Ddseme tipi linite ——
Cift hava akigi sayesinde optimum isitma FVXS-F
konforu icin doseme tipi tinite —
Tipi Model Uriin adi 25 35
%f _ Duvar tipi (inite } =
% Siesta yliksek verimlilik ve konfor sunar ATXLVY 3
Duvar tipi
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FTXG-LW/S + RXLG-M
Duvar tipi Unite

-25°C'ye kadar ortam sicakliklarinda dahi Gstin verimlilik
ve konfor sunarken, kusursuz bir tasarima sahiptir

~

-25°C'ye kadar dustk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir

Simgelesen tasarim ve mihendislik harikasinin giimus rengi veya
mat beyaz sik yizeyle inanilmaz uyumu

Mukemmel tasarimi sayesinde Daikin Emura pek ¢ok kez
odallendirilmistir

~

~

P DAaIxkINn

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi FTXGLS
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tzerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Fisilti kadar sessiz calisma: Unitenin galisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!
> 2 alanl akilli géz: hava, o anda kimsenin olmadigi bir alana dogru =
uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Uinite otomatik olarak enerji RXLGM ARC466A1 |
tasarrufu ayarina gecer
> Sogutmada A+++ ve 1sitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik
degerleri
> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi
ulastirmak icin dusey ve yatay otomatik salinim &zelligini birlestirir.
> Benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost
dongusu gelistirilerek, daha distk isletme maliyetleri saglanir ve
buz birikmesi engellenir
Verimlilik verileri FTXG + RXLG 25LW + 25M 25LS + 25M 35LW +35M 35LS +35M
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,0/4,4/6,1/3,6 (1) 1,0/51/6,7 /4,2 (1)
Cekilen glig Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji verimliligi sinifi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
ﬁ’. Yillik enerji tiketimi kWh 124 184
Isitma (Ortalama  Enerji verimliligi sinifi A++
iklim) Ptasarim kw 2,50 3,00
SCOP/A 4,64 4,60
Yillik enerji tiiketimi kWh 755 913
Nominal verimlilik EER 3,68 (2) 3,57 (2)
copP 4,31(2) 3,89(2)
Yillik enerji tiketimi kWh 340 490
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
i¢ iinite FTXG 25LW 25LS 35LW 35LS
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 303x998x212
Agirhk Unite kg 12
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9
Isitma Yiiksek/Diistik/Sessiz calisma m?*/dak 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1
Ses glicl seviyesi Sogutma dBA 54 59
Isitma dBA 56 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 38/25/19 45/26/20
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz ¢alisma dBA 41/28/19 45/29/20
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A1
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis iinite RXLG 25M 35M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x858x330
Agirhk Unite kg 40
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Dusiik dBA 48/44
Isitma Yiiksek/Diistik dBA 49/45
Calisma sicaklik araligr Sogutma Ortam sicakhdr Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
Sarj kg 1
TCO,es 2,1
GWP 2.087,5
Boru baglantilari Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m 20
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gecen boru uzunluklar icin)
Kot farki iU-DU Maks. m -
Glig beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1)-15°C dis ortam sicakliginda maksimum isitma kapasitesi (2) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB disinda kullanim icindir, (3) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) segmek
icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi icin elektrik verileri ¢izimine bakiniz.
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FTXLS-K3 + RXLS-M

Duvar tipi Unite

2 bolgeli akilli gozi sayesinde -25°C'ye kadar
dis ortam sicakliklarinda dahi optimum verimlilik
ve konfor icin sik ve modern tasarim

~

-25°C'ye kadar dusuk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti

edilir —
> Fisiltr kadar sessiz calisma: Unitenin ¢alisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner! FTXLSK3
> 2 alanli akilli géz: hava, o anda kimsenin olmadidi bir alana dogru
Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Unite otomatik olarak enerji
tasarrufu ayarina geger (blyUk kapasite alani) = “
> 3-D hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk havayi |
ulagtirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini birlestirir.
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi > |
bir uygulama kullanarak, yerel a§ veya internet Gizerinden kontrol B
edebilir ve enerji tlketiminizi takip edebilirsiniz. RXLS-M ARCA66A9
> Yiksek kaliteli mat kristal beyazi kaplama
> Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
> Dis Unitenin benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde,
defrost dongusu gelistirilerek, daha dusik isletme maliyetleri
saglanir ve buz birikmesi engellenir
Verimlilik verileri FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,0/4,7/6,6 / 3,98 1,0/5,4/7,2 /4,51
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,320/0,669/2,330 0,320/0,951/2,330
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,240/1,100/2,360 0,240/1,310/2,880
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50 3,50
{ SEER 6,62 6,91
‘ Yillik enerji tiiketimi kWh 132 177
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A++
iklim) Ptasarim kw 3,20 3,80
SCOP/A 4,62 4,60
Yillik enerji tiiketimi kWh 947 1.147
Nominal verimlilik EER 3,74 3,69
cop 4,27 4,12
Yillik enerji tiiketimi kWh 3345 475,5
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite FTXLS 25K 35K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 298x900x215
Agirlik Unite kg 12
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 11,2/7,0/41
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma  m>/dak 13,3/7,8/4,2
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59
Isitma dBA 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 45/33/21
Isitma Yiiksek/Diisiik/Sessiz calisma dBA 47/33/19
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A9
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis uinite RXLS 25M 35M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x858x330
Agirlik Unite kg 40
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Diistik dBA 48/44
Isitma Yiiksek/Diistik dBA 49/45
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akiskan Tipi R-410A
arj kg 13
TCO,e5 2,7
GWP 2.087,5
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m 20
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m -
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20
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FTXL-JV + RXL-M3
Duvar tipi Unite

-25°C'ye kadar ortam sicakliklarinda dahi yUksek
verimlilik ve konfor sunan duvar tipi Unite

» -25°C'ye kadar distk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir

> 23 dB(A) dederine kadar sessiz ¢alisma

» Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, ézellikle
de kapr Gstd kurulumlarr igin ideal bir secenektir

> Sogutma ve I1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Dis Unitenin benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde,
defrost dongusu gelistirilerek, daha dusik isletme maliyetleri
saglanir ve buz birikmesi engellenir

Verimlilik verileri FTXL + RXL
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kw
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW
" SEER
ﬁ Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kw
SCOP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Isitma (Soguk iklim) SCOP
Nominal verimlilik EER
copP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma/Isitma
i¢ iinite FTXL
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirik Unite kg
Hava filtresi Tipi
Fan - Hava debisi Sogutma Yuiksek/Nom./Dusuik/ m>/dak
Sessiz ¢alisma
Isitma Yiiksek/Nom./Duistik/ m®/dak
Sessiz calisma
Ses glicl seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom./Diistik/ dBA
Sessiz calisma
Isitma Yiiksek/Nom./Duistik/ dBA
Sessiz calisma
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Dis iinite RXL
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Duistik dBA
Isitma Yiiksek/Dustik dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP
Boru baglantilan Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU-iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Glg beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla

bilgi icin elektrik verileri cizimine bakiniz.
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FTXL-JV
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RXL-M3 ARC433A87
25JV + 25M3 35JV +35M3
1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
1,1/3,2/5,5/3,24 1,2/3,8/6,0/3,62
0,290/0,801/1,300 0,290/1,140/1,300
0,240/0,722/2,142 0,240/0,902/2,890
A+
2,50 3,50
6,01 5,87
146 209
A+
2,50 3,00
4,37 4,21
793 998
3,60 343
312 3,07
4,43 4,21
400,5 570
B/A A/A
25)V 35)V
283x770x198
8
Cikartilabilir / yikanabilir
9,3/7,7/6,1/4,9
10,1/8,4/6,7/5,7
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
ARC433A87
1~/50/220-240
25M3 35M3
550x858x330
40
61
61
48/44
49/45
-10~46
-25~18
R-410A/1/2,1/2.087,5
6,35
9,5
20
10
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
15
1~/50/220-240
20



FVXG-K + RXLG-M

Radyant i1s1 panelli
doseme tipi linite

e

1
L1

-25°C'ye kadar sicakliklarda dahi konforlu 1sitma ve cok dustk
calisma sesiicin radyant 1sitma panelli sik doseme tipi Unite

T
™
—r

~

-25°C'ye kadar dustk ortam sicakliklarinda i1sitma kapasitesi garanti edilir

Nexura i¢ Unitenin 6n panelindeki aliminyum parca, soguk giinlerde

konforun daha da arttinlmasi icin klasik bir radyatér gibi 1sinma FVXGK
kabiliyetine sahiptir.

ic Unite havay bir fisilti kadar sessiz tifler. Uretilen calisma sesi miktarlari
sogutma modunda 22 dBA ve radyatorli 1sitma modunda 19 dBA
degerine nadiren ulagir. Karsilastirma agisindan, sessiz bir odadaki ortam
sesinin ortalama 40 dBA oldugu bilinmelidir.

Duvara veya yere monte edilebilir

Yiksek olmamasindan dolay pencere altina uyumlu sekilde monte B

~

~

~

~

) (@]

edilebilir RXLG-M ARCA66A2
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi bir
uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tizerinden kontrol edebilir
ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.
> Sodutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri
» Benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost donguisi
gelistirilerek, daha dusuk isletme maliyetleri saglanir ve buz birikmesi
engellenir
Verimlilik verileri FVXG + RXLG 25K + 25M 35K +35M
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Isitma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kw 1,0/4,5/6,5/3,5 1,1/5,6/7,0/4,0
Cekilen gti¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,250/0,710/1,850 0,250/1,020/2,040
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,250/1,160/1,840 0,250/1,550/2,350
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A++
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kw 2,50 3,50
o SEER 6,99 6,59
ﬁ Yillik enerji tiiketimi kWh 131 186
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+
iklim) Ptasarim kw 3,00 3,40
Scop 4,25 4,01
Yillik enerji tiiketimi kWh 989 1.187
Isitma (Soguk iklim) SCOP 3,43 3,24
Nominal verimlilik EER 3,52 343
cop 3,88 3,61
Yillik enerji tiiketimi kWh 355 510
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
ig linite FVXG 25K 35K
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x950x215
Agirhik Unite kg 22
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Nom./Disiik/Sessiz calisma  m*/dak 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5
Isitma Yiiksek/Nom./Disitk/Sessiz alisma  m*/dak 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 52
Isitma dBA 53
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom./Diisiik/Sessiz alisma dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Isitma Yiiksek/Nom./Disiik/Sessiz dBA
calisma/Radyant 1sitma 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC466A2
Gl beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXLG 25M 35M
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x858x330
Agirhik Unite kg 40
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Duistik dBA 48/44
Isitma Yiiksek/Dustk dBA 49/45
Calisma sicaklik araligr Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akigskan Tip/$arj kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5
Boru baglantilar S DC mm 6,35
Gaz DG mm 9,5
Boru uzunlugu DU-1U Maks. m 20
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m -
U-10 Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla

bilgi icin elektrik verileri cizimine bakiniz.
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FVXS-F + RXL-M3

Doseme tipi Unite _

[s]

1
SR
Ln

Ikili hava akisi sayesinde -25°C'ye kadar
dis ortam sicakliklarinda dahi optimum
Isitma konforu icin déseme tipi Unite

”

> -25°C'ye kadar dustk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir
> Duvara veya yere monte edilebilir

> Yiksek olmamasindan dolayr pencere altina uyumlu sekilde monte FVXSF
edilebilir
> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet zerinden kontrol = =}
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz. |
> Sessiz ¢alisma: 23 dBA'ya kadar disen ses basinci seviyesi
> Sogutma ve isitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri >
» Benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost B
dongusu gelistirilerek, daha disuk isletme maliyetleri saglanir ve RXL-M3 ARC452A1
buz birikmesi engellenir
Verimlilik verileri FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,2/2,5/51 1,4/3,5/5,6
Isitma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kw 1,0/4,5/6,5/3,4 1,1/5,6/7,0/3,8
Cekilen gi¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,250/0,740/1,920 0,250/1,070/2,120
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,250/1,190/2,330 0,250/1,620/2,650
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi A
(EN14825 uyarinca) Ptasarim kW 2,50 3,50
7 SEER 5,10 5,21
ﬁ Yillik enerji tiiketimi kwWh
173 235
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi A+ A
iklim) Ptasarim kw 3,20 3,60
SCoP 4,04 3,80
Yillik enerji tiiketimi kWh
1.109 1.326
Isitma (Soguk scop
iklim) 341 3,10
Nominal verimlilik EER 3,38 3,27
copP 3,78 3,46
Yillik enerji tiketimi kWh 370 535
Enerji etiketi Sogutma/Isitma A/A
i¢ iinite FVXS 25F 35F
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x700x210
Agirhik Unite kg 14
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Nom./Diistik/ m>/dak
Sessiz calisma 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5
Isitma Yiiksek/Nom./Dustik/ m?/dak
Sessiz calisma 8,8/6,9/5,0/44 9,4/7,3/5,2/4,7
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 52
Isitma dBA 52
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom./Diistik/ dBA
Sessiz calisma 38/32/26/23 39/33/27/24
Isitma Yiiksek/Nom./Diistik/ dBA
Sessiz calisma 38/32/26/23 39/33/27/24
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda ARC452A1
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis uinite RXL 25M3 35M3
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x858x330
Agirlik Unite kg 40
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi Sogutma Yiksek/Dusuk dBA 48/44
Isitma Yiiksek/Diistik dBA 49/45
Calisma sicaklik araligr Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhdi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akiskan Tip/Sarj kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5
Boru baglantilari Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU-i0 Maks. m 30
Sistem Sarjsiz m 10
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye gére EER/COP, sadece AB disinda kullanim igindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi salterini (toprak kagagi devre kesicisi) se¢mek icin MFA kullanilir. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla
bilgi icin elektrik verileri cizimine bakiniz.
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ATXL-JV + ARXL-M
Duvar tipi Unite

-25°C'ye kadar ortam sicakliklarinda dahi yksek
verimlilik ve konfor sunan Siesta duvar tipi Gnite

» -25°C'ye kadar distk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir

> 23 dB(A) dederine kadar sessiz calisma

> Online kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

> Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, ézellikle
de kapr Gstd kurulumlarr igin ideal bir se¢enektir

> Sogutma ve I1sitmada A+'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Dis Unitenin benzersiz serbest asilabilir coil teknolojisi sayesinde,
defrost dongusu gelistirilerek, daha dusik isletme maliyetleri
saglanir ve buz birikmesi engellenir

Verimlilik verileri ATXL + ARXL
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kW
Isitma Min./Nom./Maks. kW
Sezonsal verimlilik Sogutma Enerji etiketi
(EN14825 uyarinca) Ptasarim KW
o SEER
‘ Yillik enerji tiketimi kWh
Isitma (Ortalama  Enerji etiketi
iklim) Ptasarim kw
SCOP
Yillik enerji tiketimi kWh
Nominal verimlilik EER
CcoP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji etiketi Sogutma
Isitma
ig linite ATXL
Govde Renk
Boyutlar Unite YukseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirhk Unite kg
Hava filtresi Tipi
Fan - Hava debisi Sogutma Yiiksek/Nom./Dilsitk/Sessiz calisma  m?/dak
Isitma Yiiksek/Nom./Dilsiik/Sessiz calisma  m?/dak
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Nom./Disiik/Sessiz calisma dBA
Isitma Yiiksek/Nom./Diisiik/Sessiz alisma dBA
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Kumanda sistemleri  Uzaktan kumanda
Dis linite ARXL
Boyutlar Unite YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Unite kg
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma Yiiksek/Duistik dBA
Isitma Yiiksek/Duistik dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi/GWP
Sarj kg/TCO,Es
Boru baglantilan Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU -iU Maks. m
Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
iU-10 Maks. m
Gl¢ beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

‘NJ%
Ln

ATXLIV
[ :
ARXL-M ARC433A87
25JV +25M 35JV +35M
1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
1,1/3,2/5,5 1,2/3,8/6,0
0,29/0,80/1,30 0,29/1,14/1,30
0,24/0,72/2,14 0,24/0,90/2,89
A+
2,50 3,50
6,01 587
146 209
A+
2,50 3,00
4,37 4,21
793 998
312 3,07
4,43 421
400,5 570
B
A
25J)V 35)V
Beyaz
283x770x198
8
Cikartilabilir / yikanabilir
9,3/7,7/6,1/4,9
10,1/8,4/6,7/5,7
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
1~/50/220-240
ARC433A87
25M 35M
550x858x330
40
61
61
48/44
49/45
-10~46
-25~18
R-410A/2.087,5
1/21
6,35
9,5
15
10

0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
12
1~/50/220-240
20

(1) Eurovent 2012'ye gore EER/COP, sadece AB diginda kullanim icindir (2) Nominal verimlilik: 35°/27° nominal ytkte sogutma, 7°/20° nominal yikte 1sitma

Florinli sera gazlar igerir
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Secenekler - Split
BLUBVOLUTION

iC UNITELER

BRCIES3A/B/C (3)(4)(5)

Tam metinli arayiiz ve arkadan
aydinlatmali premium kablolu
kumanda

BRCO073 (9)

Kablolu kumanda

(kumanda kablosu gerekir)
BRC2E52C

Basitlestirilmis uzaktan kumanda
(calisma modu secim diigmesiyle)

BRC2C51
Basitlestirilmis uzaktan kumanda

BRC3A61
Otel kullanimi igin uzaktan kumanda

Tekli kumanda sistemleri

BRC4C65
Uzaktan kumanda

BRCW901A03
Kablolu kumanda igin uzatma
kablosu (3 m)
BRCW901A09
Kablolu kumanda igin uzatma
kablosu (9 m)

DCC601A51
Bulut baglantili merkezi kumanda
(KRP928 adaptorle*)

BRPO69A*

Daikin gevrimici kumanda
Akill telefon WIFI adaptori
DCS302C51

Merkezi kumanda

DCS301B51
Birlesik ACMA/KAPATMA kumandasi

Merkezi kumanda sistemleri

DST301BA51
Program zamanlayicisi

KRC72A
Merkezi kontrol karti
(5 odaya kadar)

DCM601A5A
Intelligent Touch Manager

EKMBDXA
Modbus araytizi

RTD-RA (9)
Modbus gecidi

KLIC-DD (9)
KNX Arayiizi

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit icin PCB adaptorii (anahtar
kart, ...)

KRP1B56
Kablo adaptori

KRP413 AB1S

Kablo adaptorii normalde agik
kontak/normalde agik darbeli
kontak (saat ve diger cihazlar lokal
olarak satin alinacaktir)

Bina Yonetim Sistemi ve
Standart protokol arayiizii

KRP4A54
Harici ACMA/KAPAMA adaptorii ve
elektrik cihazlari takibi

KRP2A53
Elektrikli cihazlar icin kablo
adaptori

Adaptoérler

Adaptor PCB'leri igin montaj
kutusu (anahtar kutusunda yer
olmadiginda)

KRP980A1
Kablolu kumanda araytiz adaptori

KRP92BB2S
Dlll-net igin arayliz adaptoru

DTAT14A61
Cok kullanic

KRCSO01-4
Harici kablolu sicaklik sensori

KEK26-1A

Gurdltd filtresi (yalnizca
elektromanyetik kullanim igin)
KAF968A42

Uzaktan kumanda igin hirsizhga
karsi koruma

Filtre

Digerleri

FTXZ-N

BRP069A42

FTXJ-MW/S C/FTXM-M
°
standart g poo60ndt
rline dahil
° °
° °
° °
° °
° °
° °

FTXC-A

FDXM-F3

®(10)

BRP069A81

KRP1BA101

FVXM-F

BRP069A42

FTXP-K3

BRP069A45

Seste- | R-32 ]

ATXM-M

BRP069A41

ATXP-K3

BRP069A45
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Secenekler - Split
Standart Urlin grubu

. FTXG- FTXK-
IC UNITELER ws C/FTXS-K | FTX-KN FTX-J3 FTX-GV AWIS FTXB-C FVXG-K FVXS-F | FLXS-B(9) | FTXLS-K3 | FTXL-JV FDBQ-B

BRCIES3A/B/C (3)(4)(5)

Tam metinli arayiiz ve arkadan
aydinlatmali premium kablolu
kumanda

BRCO073 (9)
Kablolu kumanda (kumanda ) ) ) ) ) ® ) ) )
kablosu gerekir)

BRC2E52C
Basitlestirilmis uzaktan kumanda °
(calisma modu secim diigmesiyle)

BRC2C51
Basitlestirilmis uzaktan kumanda

BRC3E52C

Basitlestirilmis uzaktan kumanda
(calisma modu se¢im diigmesi
icermeyen)

Tekli kumanda sistemleri

BRC3A61
Otel kullanimi igin uzaktan
kumanda

BRC4C65
Uzaktan kumanda

DCC601A51
Bulut baglantili merkezi kumanda [ ° [ ° ° ° ° °
(KRP928 adaptorle*)

BRP069A43
BRPO69A* (CTXS15-35,
Daikin gevrimici kumanda BRP069A41 | FTXS20-25) | BRP069A45 | BRPO69A43 | BRPO69A42 BRP069A42 | BRPO69A42 | BRPO69A42 | BRPO69A42 | BRP0OGIA43
Akill telefon WIFI adaptori BRP069A42

(FTXS35-50)

DCS302C51
Merkezi kumanda

DCS301B51
Birlesik ACMA/KAPATMA [ ] [ ] ([ ]
kumandasi

Merkezi kumanda sistemleri
[ ]
[ ]
[ ]

DST301BAS51
Program zamanlayicisi

DCM601A5A
Intelligent Touch Manager

EKMBDXA
Modbus araytizii

arayiizi

RTD-RA (9)
Modbus gegidi

KLIC-DD (9)
KNX Arayiizi

Bina Yonetim Sistemi ve Standart protokol

(1) Sadece KRP980AT ile birlikte kullanilabilir (7) PCB adapt6ru icin montaj kutusu gereklidir. Bu segenekler KRP4A96 montaj levhasi gerektirir ve

(2) WLAN montaj kiti, PCB arayiiz adaptoriini icerir maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(3) BRCIES3A: icerdigi diller: ingilizce, Almanca, Fransizca, italyanca, ispanyolca, Hollandaca, Yunanca, (8) Sadece basitlestirilmis uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte miimkdndiir.
Rusca, Turkge, Portekizce, Lehge (9) Daikin tarafindan tedarik edilen kablo adaptéru. Saat ve diger cihazlar: lokal olarak temin

(4) BRCIE53B: icerdigi diller: Ingilizce, Almanca, Gekge, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, edilecektir.
Slovakga, Sirpga, Arnavutca (10) Standart bu ic tiniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kizilGtesi

(5) BRCIE53C: icerdigi diller kumanda ayri siparis edilecektir.

(6) PCB adaptori icin montaj kutusu gereklidir. Saat 6lcer sahadan temin edilir ve ekipman igine (1) Unite ile birlikte standart teslim edilir.

monte edilmemelidir.
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Secenekler - Split
Standart Grtin grubu

FTXG- FTXK-
|§ UNITELER wis C/FTXS-K FTX-KN FTX-J3 FTX-GV AWSS FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) = FTXLS-K3 FTXL-JV FDBQ-B
BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit icin PCB adaptorii (anahtar [ ]
kart, ...)
KRP1B56
Kablo adaptoru
EKRP1B2 (6) °
Kablo adaptorii (saat 6lger)
KRP413A1S (9)
Kablo adaptorii normalde agik
kontak/normalde agik darbeli [ ] [ ] ° [ ] ° °
kontak (saat ve diger cihazlar lokal
olarak satin alinacaktir)
5
:§ KRP4A54
2 Harici ACMA/KAPAMA adaptorii ve
2 elektrik cihazlari takibi
KRP2A53
Elektrikli cihazlar icin kablo
adaptori
Adaptdr PCB'leri icin montaj
kutusu (anahtar kutusunda yer
olmadiginda)
KRP980A1 15-20-25 ° ° °
Kablolu kumanda araytiz adaptorii sinifi
KRP928/.\ .ZS O - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ° [ ] [ ] [ ] [ ]
Dlll-net igin arayliz adaptori
o KEK26-1A
= Guralt filtresi (yalnizca
w elektromanyetik kullanim igin)
Uzaktan kumandaicin hirsizliga KKFO10A4 | KKF910A4 KKFOT7AAG KKF910A4 KKFO10A4 | KKFOT7A4
karsi koruma
KRCS01-4B
= Harici kablolu sicaklik sensort
2
()
=
e BRCW901A03
Kablolu kumanda kablosu -3 m ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
BRCW901A08
Kablolu kumanda kablosu - 8 m ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
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Secenekler - Split
Standart serisi Sewz-

Tekli kumanda sistemleri

Adaptorler Bina Yonetim Sistemi ve Merkezi kumanda sistemleri

Filtre

Digerleri

70

Standart protokol arayiizii

iC UNITELER
BRCIES3A/B/C (3)(4)(5)

Tam metinli arayliz ve arkadan aydinlatmali premium

kablolu kumanda

BRCO073 (9)

Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir)

BRC2E52C

Basitlestirilmis uzaktan kumanda (calisma modu se¢im

digmesiyle)

BRC2C51

Basitlestirilmis uzaktan kumanda
BRC3E52C

Basitlestirilmis uzaktan kumanda (calisma modu secim

digmesi icermeyen)
BRC3A61
Otel kullanimi igin uzaktan kumanda

BRC4C65
Uzaktan kumanda

DCC601A51

Bulut baglantil merkezi kumanda (KRP928 adaptorle*)

BRPO69A*
Daikin gevrimici kumanda
Akilli telefon WIFI adaptori

DCS302C51

Merkezi kumanda
DCS301B51

Birlesik ACMA/KAPATMA kumandasi
DST301BAS51

Program zamanlayicisi
DCM601AS5A

Intelligent Touch Manager
EKMBDXA

Modbus arayuzti

RTD-RA (9)

Modbus gegidi

KLIC-DD (9)

KNX Arayiizii

BRP7A54 (7)(8)

Ara kilit icin PCB adaptorii (anahtar kart, ...)

KRP1B56
Kablo adaptori

EKRP1B2 (6)
Kablo adaptori (saat olger)

KRP413A1S (9)

Kablo adaptorii normalde agik kontak/normalde agik
darbeli kontak (saat ve diger cihazlar lokal olarak satin

alinacaktir)
KRP4A54

Harici ACMA/KAPAMA adaptorii ve elektrik cihazlar

takibi
KRP2A53
Elektrikli cihazlar icin kablo adaptort

Adaptor PCB'leri igin montaj kutusu (anahtar kutusunda

yer olmadiginda)

KRP980A1

Kablolu kumanda araytiz adaptori
KRP928B2S (9)

Dlll-net igin araytiz adaptorii
DTAT14A61

Cok kullanic

KRCSO01-4

Harici kablolu sicaklik senséri

KEK26-1A

Gurdlt filtresi (yalnizca elektromanyetik kullanim igin)

Uzaktan kumanda igin hirsizliga karsi koruma

KRCS01-4B

Harici kablolu sicaklik sensori
BRCW901A03

Kablolu kumanda kablosu -3 m
BRCW901A08

Kablolu kumanda kablosu - 8 m

ATXS-K

BRP069A43
(20-25 sinifi),
BRP069A42
(35-50 sinifi)

sinif (20-25)

KKF910A4

ATX-J3

BRP069A43

KKF910A4

Sestn—

ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C

BRP069A45

ATXL-JV

BRP069A43



Secenekler ve aksesuarlar - ?f? dis Gnite

Coklu modiil baglanti kiti (zorunlu) - Bir tek sogutucu akiskanina birden fazla modul baglanir

Genisletilmis seviye farki kiti - Dis Gnitenin, i¢ Gnitelerden 50 m'den daha yiiksek bir seviyede
olmasina izin verir

Merkezi drenaj tavasi kiti - Dis Uinitenin alt bolimuine monte edilir ve tiim alt plaka

3 |gikislarindan drenaj suyunu tek bir cikisa toplar. Soguk bélgelerde, drenaj tavasinda bulunan
& |drenaj suyunun donmamasi igin sahada tedarik edilen bir isiticiyla isitilmalidir.
Isitict bandi kiti - Asin soguk ve nemli iklimlerde sorunsuz calismayi garanti etmek tzere
opsiyonel elektrikli isitici (her bir dis Unite icin bir tane gereklidir)
BHGP26A1
Dijital basing gostergesi kiti - sistemdeki mevcut kondenser ve buharlasma basinglarini
Standart olarak veya bir 6zel servis modunda genlesme vanasi konumlarini ve sicaklik senséri
verilerini gorintiiler. Dis (initeye montaj icin dis tinite PCB'sine baglanir.
Dis Uinite igin harici kontrol adaptérii - Duistik Sesli Calismanin ve g seviyeli talep
kontroliintin etkinlestirilerek, harici kuru kontaklardan giig tiiketiminin sinirlanmasina izin
verir. F1/F2 haberlesme hattini baglar ve bir i¢ tiniteden*, BSVQ kutusundan veya VRV-WIII dis
(initesinden gli¢ beslenmesini gerektirir.
KRC19-26A
&  Mekanik sogutma/isitma segicisi — tim bir Isi Pompasi sisteminin veya bir Isi Geri Kazanimli
5 | sistemin bir BS kutusunun sogutma, isitma ve yalnizca fan secenekleri arasinda gecisine izin
§ verir. Dis tinitenin / BS kutusunun A-B-C terminallerine baglanir.
2 |EBRP2B- Sogutma/isitma segici PCB'si
BRP2A81
Sogutma/isitma segicisi PCB'si (KRC19-26A'y1 VRV IV dis Uiniteye baglamak icin gerekir)
KKSA26A560*
PCB montaj levhasi icin sogutma/isitma segici (sogutma/isitma segici PCB'si ve Isitict bandi kiti
birlestirildiginde gerekir)
KJBIMA
KRC19-26A uzaktan sogutma/isitma segicisi icin montaj kutusu
EKCHSC - Sogutma/isitma segici kablosu
EKPCCAB3
_ | VRV configurator
& | KKSB2B61*
,8, | Talep PCB'si montaj levhasl. Bir veya daha fazla dis tinite igin Talep PCB'si monte edilmelidir.
& | DTA109A51
Dlll-net genisletici adaptorii
BPMKS967A2/A3
Bransman tedarikgisi (2/3 RA i¢ tinite baglantisi icin)
EKDK04

Drenaj pompasi kiti

(1) Sadece KRP980AT ile birlikte kullanilabilir

(2) WLAN montaj kiti, PCB araytliz adaptorint igerir

(3) BRCIES3A: icerdigi diller: Ingilizce, Almanca, Fransizca, Italyanca, ispanyolca, Hollandaca, Yunanca,
Rusca, Turrkge, Portekizce, Lehce

(4) BRCIES3B: icerdigi diller: ingilizce, Almanca, Gekge, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca,
Slovakga, Sirpca, Arnavutca

(5) BRCIES3C: icerdigi diller

(6) PCB adaptori igin montaj kutusu gereklidir. Saat Slcer sahadan temin edilir ve ekipman igine
monte edilmemelidir.

VRV IV S serisi
RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1
DTA104A53/61/62
Bir i¢ Uiniteye montaj igin: dogru adaptor tipi, i Unite tipine baghdir.
i inite Secenekleri ve Aksesuarlarina bakiniz.
[ J [ J
[ J
) )
[ J [ J
[ J [ J [ J [ J
[ J [ J [ J [ J
[ J [ J

(7) PCB adaptori icin montaj kutusu gereklidir. Bu segenekler KRP4A96 montaj levhasi gerektirir ve
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) Sadece basitlestirilmis uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mumkiinddr.

(9) Daikin tarafindan tedarik edilen kablo adaptérii. Saat ve diger cihazlar: lokal olarak temin
edilecektir.

(10) Standart bu i¢ niteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kizil6tesi

kumanda ayri siparis edilecektir.
(11) Unite ile birlikte standart teslim edilir.
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EUROVENT Daikin Europe N.V. Sirketi Sivi Sogutma Grubu Paketleri ve
- CERTIFIED Hidronik Isi Pompalari, Fan Coil Cihazlari ve Degisken Sogutucu
PERFORMANCE Akiskanli Sistemler icin Eurovent Sertifikasyon Programina
dahildir. Sertifikalarin devam eden gegerliliklerini su adresten
v eurovent-certification. com kontrol edebilirsiniz: www.eurovent-certification.com

Bu yayin yalnizca bilgilendirme amagli olarak hazirlanmistir ve Daikin Europe N.V.yi baglayici bir teklif niteligi
tagimamaktadir. Daikin Europe N.V. bu yayinin icerigini sahip oldugu tim bilgiler isiginda titizlikle derlemistir. Ancak,
kitapgigin icerigi ve bu kitapgikta adi gegen Grtin ve hizmetlerin eksiksizligi, dogrulugu, gtvenirligi veya belirli bir
amaca uygunluguna iliskin dogrudan veya dolayli olarak hicbir garanti verilmez. Ozellikler énceden bildirimde
bulunulmaksizin degistirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayinin kullanimiyla ve/veya yorumlanmasiyla baglantili olarak
en genis anlamda hicbir dogrudan veya dolayli hasar veya zarardan dolayi sorumluluk kabul etmeyecektir. Tam
icerigin telif hakki Daikin Europe N.V!ye aittir.

Klorinsiz kagida basilmistir.





