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Ustln konfor. En yiiksek
kalite dUstnuUlerek
tasarlandi.




Neden Daikin'i tercih
etmeliyim?

Mdisterilerinizin tstiin konfor icin Daikina
glivenebileceklerine s6z veriyoruz.

Kendimizi tasarimi ve en yiiksek kaliteyi
onceleyerek teknolojik miikemmellige adiyoruz.

Gezegenimize sézimiiz kesindir. Uriinlerimiz, diistik
enerji tiikketimi konusunda liderdir ve HVAC-R
¢cozUmlerinin cevre Uzerindeki olumsuz etkilerini
daha da distrmek icin inovasyona kesintisiz devam
ediyoruz.

Guven, saygi ve guvenirlik Gzerine kurulu uzun
vadeli ve katma deger yaratan iliskiler kurabilmemiz
icin, 90 yillik deneyimimizle birlikte tim pazar
sektorlerindeki uzmanhgimiz sayesinde kiiresel
liderligimizi devam ettirecegiz.

Daikin servis merkezleri hem satis &ncesi hem satis
sonrasi ve ayni zamanda Urtnlerimizin teslimati
sirasinda sizlere teknik destek sunmaktadir.
Zamaninda yanit veren, glvenilir ve anlayisli

servis merkezlerimizin 6nerileri musterilerimizin
ihtiyaclarina 6zeldir: hem size hem de musterilerinize
sahada destek ve montaj, sorun giderme ve bakim
konusunda yardim sunulur.

Musterileriniz size ihtiya¢c duydugunda hizli ve
profesyonel sekilde harekete gecebilmeniz igin sizlere
teknik riin egitimi sunuyoruz.



Montér acisindan avantajlari

KOLAY MONTAJ

Montaj ve degisikligin kolay gerceklestirilmesi icin
sistemlerin hergecen gtin dahamoddler hale geldigi
su gunlerde Daikin tim 6nemli bilesenlerin ‘tak ve
calistir’ seklinde monte edilebilmesi icin fabrikada
dnceden ayarlanmasi konusunda bagsi cekmektedir.
Bu da sahada harcanan sireyi kisaltir, nakliyeyi
kolaylastirir ve montaj mihendisinin zamanini ve
emedini optimum duzeyde kullanmasina izin verir.

SERVIS

Gercek zamanl, uzaktan performans takibinin
kullanilmasi sayesinde servisler en verimli sekilde
dnceden planlanabilmektedir. Bu sekilde servis
muhendisleri, zamaninda teslim edilmesi icin
parcalari onceden siparis ederek sistemin devre disi
kaldigi streyi en aza indirebilmekte ve musterinin
isletme gereksinimlerine uygun olarak servis
ziyaretlerini 65nceden planlayabilmektedir.

GUVENILIR URUNLER

Daikin, en Usttn gtvenirlikicin Grdnlerinin en yiksek
kaliteli malzemeler kullanilarak en verimli Gretim
standartlarina uygun olarak imal edilecegdini garanti
etmektedir. Bu da montaj ve servis mihendislerinin
Daikin'I Gstin performans icin buyuk bir gtivenle
tavsiye etmelerine imkan saglar.

Neden bir Daikin split veya
multi sistem tercin etmeliyim?
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ister bir oda ister daha fazlasi, tercih sizin.

Bir multi dis Unite secerek bes adede kadar i¢ Uniteyi tek bir dis Uniteye baglayarak
evinizin her yerinde mtkemmel bir ortam havasi ve gerekirse sicak su temin
edebilirsiniz. TUm i¢ Uniteler bireysel olarak kontrol edilebilir ve ayni odaya ve hatta
ayni zamanda monte edilmesine gerek yoktur.

Multi Unite, birden fazla sayida bire bir split kurulumlara kiyasla yerden tasarruf
saglar, daha sessizdir, montaji ve servisi kolaydir.

Havadan havaya i1si pompasi nedir?

Isi pompalari, hava soguk olsa dahi dis ortam havasindaki isiyr alir. Elektrikle
calistinilan bir kompresor kullanir ve daire ve mistakil evlerin isitiimasi igin son
derece etkilidir. Daikin st pompalari sessizdir ve dikkat cekmez ve enerji faturalarinizi
mUmkin oldugu kadar distirmek igin en son teknolojiyi kullanir. Bir Daikin 1si
pompaslyla evinizin isitilmast igin kullanilan enerjinin %80'i tamamen bedelsiz ve
yenilebilir bir kaynak olan dis ortam havasindan elde edilir. Soutma icin sistem ters
cevrilir, bu defa i¢ ortam havasindaki s alinir.

Ustln konfor icin hava-hava isi pompalari ile

hava-su I1si pompalarini bir araya getirir

A4 ki ayn sistem kullaniimasinin en énemli avantaji, giris katinin daima dogru
sicaklikta olmasi garanti edilir ve talep halinde (st katlar isitilabilir. Yatak
odalari icin devamiiisitma maliyetleri s6z konusu dedildir, ancak gerektiginde
odalar da ¢ok kisa strede isitilabilir. Yaz aylarninda sistem ayrica odalari
sogutmaniza imkan verir; bu da ilave bir avantajdir! 1/4

Simon, terash evini yenilerken birka¢ Daikin teknolojisini bir arada kullandi. Zemin
katin 1sitilmasi ve kullanim sicak suyu dretilmesi icin bir Daikin Altherma distk
sicaklikli hava-su 1st pompasi (6 kW duvar tipi model + 3001 boyler) monte etti. Yatak
odalarinin isitilmasi ve sogutulmasi igin 4 ic Uniteyle birlikte bir Daikin Hava-Hava
Multisplit tercih etti.



Avantajlari neler?

Duvar tipi Unite...

Duvar tipi Unitelerin montaji kolaydir. Duvara yuksek bir konuma akillica
yerlestirilebilir, bdylece dekora deger katar. Odalariniz ister blyuk ister kiiglk olsun
istediginiz i¢ ortam havasi kosullarini saglayacak kapasitelere ve bltgenize uygun
Unitelere sahibiz. Yuksek verimli tasarim Unitelerden parasinin tam karsiligini sunan
Unitelere kadar genis bir aralikta Unite temin edebiliriz. Tim modeller Gstin kullanim
kolayligr sunmak Gzere Daikin Cevrimici Kumanda igin WLAN kontrol secenegdine
sahiptir.

Gizli tavan tipi Unite

Gizli tavan tipi Uniteler, kompakt yapilari ve sadece desarj ve giris izgaralarinin
gorinmesi sayesinde "gériinmez” bir ¢6ziim sunar. Ayrica, zemin ve duvar alaninin
maksimum 6l¢tde kullaniimasina izin vererek i¢ mekaninizi istediginiz gibi dekore
etmenizi saglar. Dustk enerji tiketimli DC fan motor maksimum enerji tasarrufu
saglar. Ve tabii ki, her boyutta odaya uygun genis bir Gnite araligina sahibiz. Ustiin
kullanim kolaylg icin opsiyonel bir cevrimici kumanda sunulmaktadir.

Gizli tavan tipi tiniteler sunlarla birlikte kullanilabilir:
Kendi kendini temizleyen filtre

» Filtre temizligi, uzaktan kumandadan ayarlanan zamanlarda
otomatik olarak gerceklestirilir.

» Toz, Uniteye entegre bir toz kutusunda toplanir

» Toz kutusu oldugunda toz, Unitenin agiimasina gerek
kalmadan bir elektrikli siptrgeyle kolayca temizlenebilir

Coklu bolgelere ayirma kiti

> Bolgelere ayirma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem
uygulamalarinin esnekligini tasir ve tek bir i¢ Unitenin birden
fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim bolgelerine
hizmet vermesine olanak saglar.

Doseme tipi Unite

Doseme tipi Uniteler, alan kullaniminin kritik oldugu odalara kolayca monte edilebilir.
Ornegin, duvarlarin genellikle alcak oldugu tavan aralari icin idealdir. Déseme tipi
Uniteler, 1sitilmis havayi alttan ve Ustten desarj etmeleri ve bdylece mikemmel

bir iletim etkisi saglamalari sayesinde i1sitma konusunda ¢ok iyidir. Odalariniz ister
biyuk ister kiigtk olsun istediginiz i¢ ortam havasini saglayabilecek tnitelere

sahibiz. Déseme tipi Uniteler, distk sicaklikli radyatorlere kiyasla daha kompakttir ve
hatta Nexura'nin radyan 6n paneli bulunmaktadir. Tum modeller, Daikin Cevrimigi
Kumanda sayesinde WLAN kontrol se¢enegine sahiptir.




Nerede olursaniz olun
kontrol daima sizde olsun

N

Daikin Cevrimici Kumanda uygulamasi sisteminizin
(50'ye kadar) durumunu kontrol ve takip edebilir ve su
islemlere izin verir:

izleme:

> Klimani veya isitma sisteminizin durumu

> Enerji tiiketimi grafiklerine bakin

Kontrol:

> Calisma modu, ayar sicaklidl, fan devri ve glicld mod,
hava yonu ve filtreleme (streamer) islevi

> Sisteminizi ve kullanim sicak suyunu uzaktan kontrol
edin

> Bolge kontrolii: birden fazla Uniteyi ayni anda
kontrol edin (sadece Split ve Daikin Altherma entegre
cift bolge)

Programlama:

> Avar sicakhigini ve calisma modunu haftanin 7 glinii
icin glinde 6 isleme kadar programlayin

> Tatil modunu etkinlestirin

> Sezgisel modda goruntuleyin

> IFTTT Gzerinden 3. taraf Grlin ve servis entegrasyonu

> Talep kontrolt/gug sinirlama (sadece Split)

Sezgisel araylizli uygulama

Kontrol Programlama izleme Belirleme
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Calisma modu, sicaklik, Ayar sicaklidy, calisma Enerji tiketimini izleyin, Evinizdeki odalari
hava temizleme, fan devri modu ve fan devrini tatil programini belirleyin tanilayin

ve yonunu kontrol edin programlayin



Avrupa'nin enerji etiket
Akilli tercihleri tesvik eden etiketleme

Musterilerin tek bir etiketleme kriterine gore karsilastirma yapmasina ~ boyunca verimlili§ini yansitmaktadir. Enerji etiketi, A+++ ile D

ve satin alma kararlarini daha dogru vermesine imkan tanimak igin arasinda degisen birden fazla siniflandirmaya sahiptir ve bu siniflar
Avrupa, enerji etiketlerini ¢ikard!. Klimalara yonelik 1992 yilinda koyu yesil (en yuksek enerji verimliligi) ile kirmizi (en disuk enerji
cikarilan 6nceki Avrupa enerji etiketi bu zamana kadar gorevini verimliligi) arasinda degisen renklerle vurgulanir. Etiketteki bilgiler
layikiyla yerine getirdi. 2013 yilinda Avrupa bir sezonsal enerji etiketi sadede isitma (SCOP) ve sogutma (SEER) icin sezonsal verimlilik
cikardi. Bu etiket, son kullanicilarin daha bilingli kararlar vermesine degerlerini degil, ayni zamanda yillik enerji tiketimlerini ve calisma
olanak saglamistir, clinkl sezonsal verimlilik, klimalarin tim sezon sesi seviyelerini de gostermektedir.
Etiket ayrintilar i ENERG o@
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%100 Bluevolution serisi gag
BugUnun Gtesinde dusunuyoruz

Avrupa F Gazi yénetmeligine gére 2025 yilindan 3. Eski bir dost size sorun ¢ikarmaz
itibaren sogutucu akiskan sarji 3 kg'in altinda olan tim  R-32'nin kullanimi bilinmeyen bir alan degildir, ¢tinki
bire bir split klimalar icin GWP degeri 750'nin altindaki R-410A, %50 oraninda R-32 ile %50 oraninda R-125'in

sogutucu akiskanlarin kullanimi yasaklanacaktir. karisimindan meydana gelmektedir. Tek bilesenli

bir sogutucu akiskan olan R-32'nin sundugu ilave
1. DUslik kiresel Isinma potansiyeli avantajlar arasinda aynima ve kayma sorunlarinin
Daikin, R-32'yi ilk olarak 2012 yilinda piyasaya strd. onlenmesi ve daha kolay geri besleme ve geri
675 degerindeki dusiik GWP'si, rekabetci enerji donustidrme yer almaktadr.
verimliligi, givenligi ve diisik maliyeti nedeniyle T
oldukga cazip bir sogutucu akiskandir. 2016 yilindan istediginiz gibi kullanin: R-410A’ya benzer calisma
itibaren Daikin, bire bir ve multi Gnitelerden meydana basinglariyla, hem sivi hem gaz fazinda besleme imkani
gelen benzersiz bir Bluevolution serisi sunmaya ve hem R-32 hem R-410A ekipmanlar i¢in uygun
baslamis ve konut tipi klimalarda bir kez daha standardi  aletlerin mevcut olmasi Daikin Bluevolution serisiyle
belirlemistir. ilgili kararlari kolaylagtirmaktadir.

2. Ustiin verimlilik

Akill ve taze bir tasarim fikriyle birlikte tistin konfor
ozellikleriyle dnde gelen verimlilik degerleri bir
araya getirilmistir.



) OZ O’deki venilikler

Sty\ish Yeni renkler

s.31 Ilave renk: tamami siyah!
FTXA-BB

s. 31 K21 Tamami gimds renkli Gnite
FTXA-BS

s.31 Siyah govdeli siyah ahsap rengi Unite
FTXA-BT

Stylish ve doseme tipi linitelerle
optimize i1sitma

' s.52 Ozel Stylish beyaz tinite (FTXTA-AW)
» Sémine mantigi ve standart Wlan baglantisi icerir
FTXTA-AW
—— _,__.-.-——'_-—;ﬂ_'
S
= s.55 Doseme tipi Unite
» Cift hava akisi sayesinde isitma icin ideal i¢ Gnite
FVXM-F
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Daikin servisi

Mikemmel i¢ ortam havasinin olusturulmasi, bir tiriiniin satin alinmasindan ve monte edilmesinden 6te
bir seydir. Ayrica yil boyu konfor, enerji verimliligi, glivenirlik ve kontrol kolayligi elde edilmesiyle ilgilidir.
Daikin olarak, sisteminizin kullanim 6mrii boyunca optimum performans sunmasini garanti etmek icin

cok sayida destek ve bakim hizmeti sunuyoruz.

Minimum maliyetlerle optimum montaj

Destek hizmetlerimizle bakimi iyi yapilan bir kurulum
beraberinde su avantajlari getirir:

M Daha yiksek enerji verimliligi
[V Daha uzun kullanim émr doéngusu

M En son yasa ve yonetmelik gereksinimlerinin
karsilanmasi

Tedarikgi ve hizmet saglayici

Dogru iklim ¢6zimunin secilmesinden bunun
baslatiimasina, takip edilmesine ve bakiminin
yapilmasina kadar Daikin bu strrecin her adiminda size
destek olmaya hazirdir. Bir Daikin kurulumunuz olmasa
dahi, yardim masasi personelimiz ve egitimli uzmanlar
ve servis muhendislerinden olusan ekibimiz tarafindan
sunulan Daikin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sunduklarimiz

™

™

Calistirma, bakim ve onarim
Servis Is Ortaklanmizla birlikte, kurulumunuzun gerceklestirilmesi, yonetilmesi ve
bakiminin yapilmast icin gesitli servis planlari sunuyoruz

Yiikseltmeler ve optimizasyonlar
Sisteminizin performansini artirmak ve kullanim émrind uzatmak icin cesitli
yUkseltme paketleri gelistirdik.

Daikin devreye alma hizmeti

Daikin Servisi temsilcilerimiz, sistemin baslatiimasindan ve testlerinden nihai ince
ayarlarina kadar montaj stirecinin her asamasinda size gerekli destedi sunmaya
hazirlar. Etkili ve verimli uygulamalarimiz her montdrin Daikin kurulumunu en
yUksek performansinda calistirmasina yardimci olur.

Daikin proje destegi ve yardim masasi
Hem uygulamaniz i¢in dogru ¢6zimu secerken, hem de HVAC-R sistemlerimizi
mevcut bina yonetimi sisteminize entegre ederken deneyimli uzmanlarimiz ve
muhendislerimiz size destek olacaklardir.

Daikin garanti politikasi
Daikin kapsamli ve seffaf bir garanti politikasina sahiptir. Parcalara iliskin fabrika
garantisine ek olarak ¢zel s6zlesmeler yapabilir ve iscilik garantileri alabilirsiniz

Giivenebileceginiz bilesenler

Bir Daikin ¢c6zUmund meydana getiren her bir bilesen yUksek kalitelidir. Bu da bir
parcanin bir Daikin montéru tarafindan degistiriimesi halinde kurulumunuzun
en Ustun verimlilik ve performansta ¢alisacagini garanti etmeniz anlamina gelir.




Stand By Me,

o \J o

iklim gUvenligim

Yeni Daikin kurulumu ve Stand By Me servis programi sayesinde miisterinizin daima piyasadaki en iyi
konforu, enerji verimliligini, kullanim kolayligini ve servisi aldiklarindan emin olabilirsiniz.

Ucretsiz garanti ) X Daikin servis is ortaklari @ Genisletilmis parca

~—| [ uzatma tarafindan hizh takip garantileri
Stand By Me programinin birinci avantaji Bir musteri www.standbyme.daikin.eu Musterileriniz belirli parcalarin garantilerini
(icretsiz garanti uzatma imkanidir. adresinden kaydoldugunda ve bakima ihtiyac ~ kigUk bir tcret karsiliginda uzatabilirler.

duydugunda Daikin servis is ortaklari otomatik ~ Stand By Me size sunlari garanti eder:
W hem iscilik hem parcalar icin gecerlidir olarak bilgilendirilir.
[Vl her bir bilesen kisa stirede degistirilir

V| kaydolduktan hemen sonra devreye girer ~ Miisterinize sunlar garanti edilir:
M mali acidan strprizlerle karsilasmamaniza

M hizli ve glvenilir hizmet yardimci olur

VI kurulumlanyla ilgili olarak kayit belgeleri, [V uzun émrli ve sorunsuz bir calisma ve

katihm kayitlari, bakim kayitlar vb. tim ayrica bir Daikin kurulumunun sahip oldugu
bilgilerin yonetimi tlm avantajlar

™ dogru bilgilere aninda erisim, sorunsuz [Vl resmi Daikin servis is ortaklarindan gavenilir
bir hizmete katkida bulunur hizmet

Daikin servis is ortaklari yalnizca orijinal Daikin
yedek parcalariyla calisir ve ortaya ¢ikabilecek
her tirll sorunun ¢6zUmu igin gerekli tim
teknik bilgiye sahiptir

Daikin Unitenizi

kaydettirin:

www.standbyme.daikin.eu

STAND BY ME




Ururu Sarara

EN iyinin en iyisi




Neden Ururu Sarara'yi tercih
etmeliyim?

Daikin Ururu Sarara, klima kontroltine yeni, gelismis bir yaklasim
getiriyor. Toplam konfor ¢6zima sunmak Gzere bes hava isleme
teknigine sahiptir. Ayrica, Ururu Sarara serisi, enerji verimli
kompresord ve isi esanjori sayesinde SEER ve SCOP A+++
degerlerine sahiptir. Yenilikci teknolojisi ve tasarimiyla Red Dot
tasarim 6dultne layik gérilmastar.

5 hava isleme teknigi

> Mevcut en ylksek enerji etiketiyle yil boyu konfor icin 1sitma ve
sogutma tek bir sistemdedir

» Kis aylarinda Ururu islevi, havadaki nemi yikselterek konforlu
bir his saglar ve gereksiz isitmayi engeller

> Yaz aylarinda ise Sarara islevi, asir nemi alarak esit bir sicaklik
dagilimi saglar ve boylece ekstra sogutma ihtiyacini ortadan
kaldirir

> Pencereler kapaliyken dahi taze havayla havalandirma saglanir

Flash Streamer*: havada askida bulunan partikullerle kimyasal
reaksiyonlari tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen
ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parcalar ve kotu kokulari daha iyi,
daha temiz bir havayla degistirir

Z

reddot design award
winner 2013

O Taze hava

Nemlendirme girisiyle
Nem alma havalandirma

E@

|
BLUBVOLUTION -»

Hava temizleme

Isitma/sogutma

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaglarla kullanim igin tasarlanmamistir

Titanyum apatit fotokatalitik

H: . flash streamer
¥ L ONLY BY DAIKIN

filtre: titln ve evcil hayvan
kokulari gibi istenmeyen kokulari
parcalar




tasarimin inovasyonlabulustugu nokta

Yeni rengi ¢ikti!

YENI - TAMAMI
GUMUS

YENi - SiYAH
GOVDELI SIYAH
AHSAP

Beyaz FTXA-AW GUmus FTXA-BS

Siyah FTXA-BB Siyah ahsap FTXA-BT

4 renk secenedi mevcuttur

> Kullanicilar dort 6zel renk (beyaz, gimus rengi, siyah ve siyah ahsap) arasindan

se¢im yapabilir
> Egimli koseler dikkat cekmeyen ve yerden tasarruf saglayan bir tasarim yaratir ﬂ @
> Ince boyutlari sayesinde piyasadaki en kompakt Griindir / GOOD DESIGN

> Basit paneli, doku ve renk degisimine izin vererek her tiirli oda dekoruna sorunsuz reddot award 2018 \/ AWARD 2017
uyum saglamasini saglar winner

> Odulli tasanim: Stylish yenilikci gorinimi ve gelismis islevleri sayesinde Reddot
adiliine, lyi Tasanm Oduliine ve iF édiliine layik gorilmistar

Coanda etkisi >

|
Halihazirda Ururu Sarara modelinde Coanda etkisi
konforlu bir i¢ ortam havasi i¢in hava akisini optimize
eder. Ozel olarak tasarlanan kanatlar yardimiyla ;‘_:
saglanan, daha odakli hava akisi sayesinde tim odada
daha iyi bir sicaklik dagilimi elde edilir.

Coanda etkisi, Sylish Gnitesinin sogutma veya isitma modunda olmasina
dayali olarak iki farki hava akisi modeli olusturur. Yukarida sogutma
modundaki Coanda etkisi (tavana hava akigi) gosterilirken asagidaki
1sitma modundaki Coanda etkisi (dUsey hava akisl) gosterilmistir.
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Akilli termal sensér, odanin ylzey sicakligini élcer ve
ylzeyi 64 kareden meydana gelen bir izgaraya ayirir.

Ozel fan tasarimi sayesinde sesler dagitilir ve calisma
sesi azaltilir.

Akilli termal sensor

Stylish Unitesi modeli daha konforlu bir i¢ ortam havasi yaratmak Gzere bir odanin yiizey
sicakligini tespit etmek icin akilli termal sensorii kullanir.

Mevcut oda sicakligi belirlendikten sonra izgarali g6z sensoru, sicak veya soguk havayi gerekli
alanlara yonlendirecek hava tfleme modeline gegmeden dnce havayi tim odaya esit sekilde
dagtir.

Sessiz calisma

Stylish daha dusuk calisma sesi seviyelerinde daha yuksek bir enerji verimliligi icin hava akigini
optimize etmek Uzere 6zel bir fan tasarimi kullanmaktadir.

Daha yiiksek bir enerji verimliliginin elde edilmesi icin Daikin Stylish Gnitenin kompakt
boyutlarinda verimli sekilde calisacak bir fan tasarlamistir. Buna ek olarak, fan ve isi esanjor
GUstUn bir enerji performansi sunarken kullanicilar tarafindan neredeyse duyulamayacak bir
calisma sesi Uretir.

Daikin Cevrimici Kumanda

Stylish Uniteyi akilli telefonunuzu kullanarak yonetebilirsiniz. Mikemmel bir i¢ ortam havasi
yaratmaya baslamak icin Wi-Fi baglantisi yaparak Daikin Online Controller uygulamasini
indirmeniz yeterlidir.

Avantajlariniz

> Ic ortam havasini kontrol etmek icin cesitli islevlere erisin

> Sicakhg, calisma modunu, hava temizleme islevini ve fanlari etkilesimli termostatla yonetin
> Farkli programlar ve calisma modlari olusturun

> Enerji tiketimi takibi

> If This Then That (IFTTT) uygulamasiyla uyumludur
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Daikin Emura

GOranum. Islev. Yeniden tasarland..

Neden Daikin Emura'yi secmeliyim?

Avantajlari
- Essiz tasarim

» Simgesel tasarim ile muhendislik harikasinin
Avrupa'da Avrupa icin tasarlandi. heyecan verici bir karisimidir

» Mat kristal beyaz ve gimus renkte sik tasarim

Haftalik zamanlayici ve hareket algilama sensori vb. » 19 dBA'ya kadar diisen calisma sesleriyle fisilt
kadar sessiz calisma

gibi enerji tasarrufu teknikleriyle daha da gelistiriimis > Yatay ve diisey otomatik salinim

» 2 bolgeli hareket algilama sensérl, odada kimse
yU ksek sezonsal verimlilik yokken ayar noktasini dusrerek enerji tasarrufu
. saglar ve havayi insanlarin olmadigi bolgelere
Or. 2 bolgeli hareket algilama sensord, fisilt kadar dogru tifleyerek, soguk hava etkisini nler

» Haftalik zamanlayici
sessiz calisma ve cevrimici kumanda gibi gelismis > Bire bir, multi ve (mini) VRV'ye baglanabilir

» Cevrimici kumanda: Nerede olursaniz
teknolojiler sayesinde optimum konfor olun kontrol daima sizde olsun G




Benzersiz tasarim

Daikin, musterilerin ihtiyaclarinin tam
olarak karsilanmasi icin Avrupa'da
Avrupa pazar i¢in Avrupa teknik

ve tasarnm standartlari kullanilarak
tasarlanan bir tasarim modeli sunan tek
Ureticidir.

Daikin Europe N.V,, Daikin Emura'nin
cesitli tasarim dddllerine layik
gorulduguni duyurmaktan gurur duyar.

Gelismis enerji verimliligi

Sezonsal verimlilik klimalarin tim bir
Isitma veya sogutma sezonu boyunca
ne kadar verimli calistigini daha gergekgi
bir sekilde gosterir. Etiket, A+++ila G
arasi birden fazla siniflandirma icerir.
Daikin Emura yuiksek enerji verimlilikleri
sunar:

> [[5'ya kadar SEER
> [5'ya kadar SCOP

En dislik cevresel etki

> R-32 modelinde mevcuttur

Konfor

2 bolgeli hareket algilama sensoru:
Hava, odada insanlarin bulunmadigi
alanlara dogru Uflenir. Oda igerisinde
insan varligi tespit edilmezse, Unite
otomatik olarak enerji tasarruf ayarina
geger.
» Cok sessiz calisma:
Daikin Emura, 19 dBA'ya kadar disen
calisma sesleriyle fisilti kadar sessiz

calisir.

P DAIKIN

emura
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Perfera

Standart WLAN ile gelecegin
vizyonunu hissedin

Neden Perfera'yi tercih etmeliyim?

maks. maks.

sogutmada Isitmada

BLUEBVOLUTION
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Neden Perfera'yi tercih
etmeliyim?
Verimlilik

Perfera FTXM-N'nin gelistirilmis tasarimi, dnceki
modellere kiyasla daha Ustln bir enerji verimliligi
sunar. SEER degerini 6,81'e ve SCOP degerini
5,1'e yUkseltir. A+++'ya ¢ikan sezonsal verimlilik
degerleriyle ve daha dusuk isletme maliyetleriyle
sinifinin en iyisi performans saglar.

Calisma sicakhk aralig

Guincellenen Perfera ayrica daha da genis bir calisma
sicaklik araligl,-10°Cden 50°C'ye kadar etkili sogutma
ve 24°C'den -20°C'ye kadar etkili 1sitma saglar.

Konfor

Bu guvenilir performans, Avrupadaki tim asirr iklim
kosullarinda saglanir. 3 boyutlu hava akisi ve 2 alanlh
hareket algilama sensori sayesinde mikemmel ve

rahatsiz etmeyen bir hava akisi saglanir.

Calisma sesi

Galisma sesi seviyeleri hem i¢ Gnitelerde hem dis
Uinitelerde daha da dusUrilms ve neredeyse sessiz
calismasi saglanmistir, bu nedenle kentsel alanlar igin
idealdir.

Daikin Flash Streamer ile daha yiiksek hava
kalitesi*

Hepsi bir arada 1sitma ve sogutma Unitesi, havay! yil
boyu temizler. Havada askida bulunan partikillerle
kimyasal reaksiyonlari tetikleyen elektronlar kullanan
Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi
alerjenleri parcalar ve kotd kokular daha iyi, daha temiz
bir havayla degistirir.

ash streamer
ONLY BY DAIKIN

&

Nerede olursaniz olun kontrol
daima sizde olsun

Daikin Cevrimici Kumanda ve standart WiFi islevi
sayesinde i¢ ortam havanizi nerede olursaniz olun bir
uygulama, yerel ag veya internet tizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz.

Alerjenler, Streamer desarj Unitesindeki elektrota tutturulmus ve ardindan isinim sonrasi bir elektron mikroskobu tarafindan

fotograflanmistir.
(Test kurumu: Yamagata Universitesi ve Wakayama Tip Fakdiltesi)

Isima éncesi ve sonrasi polen bazli alerjen

Isima oncesi ve sonrasi fungal alerjenler

1] g RE

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaglarla kullanim igin tasarlanmamistir



Comfora

Yiksek verimlilik ve konfor
saglayan sik duvar tipi Unite

=

Neden Comfora'yi tercih etmeliyim?

maks.

isitmada

sogutmada

BLUEBVOLUTION

Verimlilik

Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin
cevre Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda
dusurebilir ve ylksek enerji verimliligi sayesinde
dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde edebilirsiniz.
Sogutma ve isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik
degerleri

Konfor
3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine

sicak/soguk havay ulastirmak icin dusey ve yatay
otomatik salinim &zelligini birlestirir.

Uygulamayla kontrol

Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz
olun i¢ Unitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ag
veya internet Uzerinden kontrol edebilir ve enerji
tUketiminizi takip edebilirsiniz

GUmUs alerjenleri uzaklastirma
ve hava temizleme filtresi

GUmds alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi:
polen vb. alerjenleri yakalayarak kararl sekilde temiz
hava besler.

19 dBA'ya varan diisiik ic ortam
ses seviyeleri

Fisilti kadar sessiz calisma: Unitenin calisma sesi
neredeyse duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya
kadar iner.
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Sensira

Tazeleyici yenilik

oL
Neden Sensira'yi tercin etmeliyim?

maks. maks.

Yuksek Verimlilik Uygulamayla kontrol
isitmada sogutmada Evinizde taze bir i¢ ortam havasi yaratilmasi salt saf Nerede olursaniz olun kontrol daima
konforla ilgilidir. Daikin sistemleri hem cebinize hem sizde olsun

BLUSVOLUTION  cevreye dosttur.

Gelecek nesil sogutucu akiskan R-32 ve optimize edilen  Daikin Cevrimi¢i Kumanda uygulamasi, klimanizin

kompresorler konfor bolgenizde kalmanizi garanti durumunu kontrol ve takip edebilir ve su islemlere izin
eder. verir:
Urtinlerimizin diistik enerji tiketimi, enerji faturalarinizi
dusurerek en ylksek enerji verimliligi seviyelerine izleme
ulagmanizi saglar. > Klimanizin durumu

> Enerji tiketimi grafiklerine bakin

Kumanda
Calisma sesi > Calisma modu, ayar sicaklidi, fan devri ve glcli mod,
hava yonu ve filtreleme (streamer) islevi
Galisma sesi 20 dBA'ya kadar disen yeni FTXC-B > Sisteminizi uzaktan kontrol edin
neredeyse sessiz ¢alisarak miikemmel bir gece uykusu
cekmenize izin verir. Programlama

> Ayar sicakligini ve calisma modunu haftanin 7 giint
icin ginde 6 isleme kadar programlayin.

= GO ) > )", Tatil modunu etkinlestirin

d20 . . . . . > Sezgisel modda goruntuleyin
BA . .
> Talep kontrolu/gug sinirlama
40 60 80 120

+
0 20 30 100 140

Temiz hava

Daikin'in titanyum apatit fotokatalitik filtresi, tittn ve
evcil hayvan kokulari gibi istenmeyen kokulari pargalar
(sadece FTXC-B).

FTXF-A
Mikemmel bir ic ortam havasinin
yaratilmasi tim Daikin Unitelerinde

ortak amactir. Bu duvar tipi Uniteler

\\\\”//
/—\
N\
/\

=
S
S

fark edilmez ve dusUk enerji

» kullanimiyla konforlu bir ic ortam

havasl yaratir.

.
o

S
AN\
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FDXM-F9

Yalnizca 200 mm yUkseklikte
kompakt gizli tavan tipi Unite

> Unite tavana gémiili sekilde monte edildiginden
Unite gérinmez: disaridan yalnizca emis ve desarj
izgaralar gorulebilir

> Tozlar bir elektrikli stiplrgeyle kolayca
temizlenebildiginden (kendi kendini temizleme kiti
secenegiyle) daha yUksek oda havasi kalitesi, daha
yUksek verimlilik ve daha dustik bakim maliyetleri

> Kompakt boyutlari sayesinde yalnizca 240 mm'lik bir
asma tavan bosluguna kolayca monte edilebilir

Kendi kendini temizleyen filtre secenedi

Filtre temizligi, uzaktan kumandadan ayarlanan
zamanlarda otomatik olarak gergeklestirilir. Toz, Gniteye
entegre bir toz kutusunda toplanir.

Toz kutusu oldugunda toz, Gnitenin agilmasina

gerek kalmadan bir elektrikli stptrgeyle kolayca
temizlenebilir.

» Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz
olun i¢ Unitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ag
veya internet Uzerinden kontrol edebilir ve enerji
tuketiminizi takip edebilirsiniz

> DC fan motoru sayesinde dusuk enerji tiketimi

Coklu bolgelere ayirma: tek bir i¢ Gnitenin
birden fazla odada kullanimini saglar

Bolgelere ayirma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem
uygulamalarinin esnekligini tasir ve tek bir i¢ Gnitenin
birden fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim
bolgelerine hizmet vermesine olanak saglar.

"Tak ve calistir' plenum

23



Daha azl

daha iyi

Multi Split

Konforunuzu yukseltir!

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortami icin size sonsuz secenek sunmaktadir.
Cevresel etki ve mali yonler gibi sinirlandiricilar azaltmaniz igin essiz bir cozim

Daha az montaj alani, daha
az gorunuarluk, daha dusuk
calisma sesi

> Yerden tasarruf saglar: On cepheye cok sayida Unite
yerlestiriimesi icin gereken alani énemli dl¢tide azaltir

> Daha az fark edilir: ic ortam dekorunuzun keyfini ¢ikarin.
Tek bir saklanma yeri bulunmasi ¢cok daha kolaydir

> Daha diisiik calisma sesi: Sadece tek bir Unite calistigindan
iki veya daha fazla tGniteden cok daha sessizdir

Daha dustk glc tuketimi,
yUksek verimlilik

> Daha diisiik gli¢ tiiketimi: BuyUk kompresorlerimiz
toplamda ayni kapasiteye sahip olan birden fazla kiiguk
kompresdrden daha verimli calisabilir. Ayrica, bekleme
modu sayesinde 6nemli miktarda enerji tasarrufu saglar.

Bire bir split veya multi split kombinasyon -
dogrudan sistem karsilastirmasi

|.= : JKQ/Q\
®$ |:> E@

Klimasiz odalar icin klasik
bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dig
Uiniteyle benzer durumlara
uygun ¢ézdm

24

Daha kolay montaj, kablolar,
borular ve bakim

> Montaj ekipmanlarindan tasarruf edin: Bir dis Gnite
monte etmek istediginizde her Unitenin sabitlenmesi ve
sorunsuz galismast icin bir montaj galismasi ylritmeniz
gerekir

> Zamandan tasarruf edin: Tek bir sistemin fiziksel montaji,
kablo baglantilari, drenaj borular ve ilk kurulumu ¢ok daha
kolay ve hizlidir

> Iki veya daha fazla sayida dis Gnite yerine tek bir dig tinite
kullanildiginda ihtiyaciniz olmayan her bir tniteyle birlikte
olasi teknik sorun ihtimali istatistiksel olarak azalr.

Daha fazla esneklik: Stili ne
olursa olsun 5 adede kadar ic
Unite baglayin

Konfor agisindan bir multi split ¢cozimden ¢ok sayida avantaj
elde edersiniz.

> Tek bir dis Uniteye 5 adede kadar i¢ Unite baglanabilir

> Her bir i¢ tinite ayri olarak duzenlenebilir

> Split ve Sky Ait serilerinden ¢ok daha fazla sayida
baglanabilecek i¢ Unite tipi secilebilir

» Ozellikle kiiglik odalar icin tasarlanan, sadece bir multi
split sisteme baglanabilecek distk kapasiteli i¢ Gniteleri
kullanin

> Daha sonra ilave bir ig tinite monte etmeyi mi
planhyorsunuz? Bugtinden daha ylksek kapasiteli bir dis
Unite secin, daha sonra kolayca baglayin



e |

FDXM-F9
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Avantaj

Split

Onemsiyoruz

Konfor

Hava debisi

Nem kontrolu

Hava isleme

Uzaktan kumanda ve zamanlayici

Diger islevler

26

ara genel bakis

BLUEBVOLUTION

Standart seri

Duvar tipi Gizli tavan tipi Doseme tipi
YENI GUNCELLEME S GUNCELLEME
FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) ‘ FTXF-B/A ‘ FTXC-B FDXM-F9 FVXM-F
=2 F = l = [ p— =
", | Eco modu ° ° ° ° ° ° °
&ﬁ 2 bolgeli o ° °
hareket algilama sensorii
| 3 bolgeli °
&jareket algilama sensori
C} Bekleme modunda enerji ° ° ° ° ° ° °
L~/ tasarrufu
@ Evde yokken calisma °
M Gece ayar modu o o o o o
é,‘b Sadece fan ) [ [ ) ) ) [ [ )
W Kendi kendini temizleyen ° o
LT | filtre
=3
£2 | Konfor modu ° ° ° ° ° °
@ Giiglii mod ° ° ° ° ° ° ° °
l‘—A'l Otomatik sogutma-isitma ° ° ° ° ° ° ° °
L1 gecisi
Fisilti kadar sessiz calisma
° ° ° ° °
@ (19 dBA'ya kadar)
\Q Neredeyse duyulmayacak ° ° ° °
L/ kadar sessiz
@' Sessiz calisan i¢ Unite (] ° [ ] [ [ ° °
Konforlu uyku modu o o
ll Dis Uinite sessiz calisma (] ] ] (] []
A Sémine mantigi
3-D 3D Hava Akisi ® ) ) ° °
'§§ Diisey otomatik swing o o o ° ° ° ° °
7%=| Yatay otomatik swing o o o ° °
% Otomatik fan devri ° ° ° ° ° ° ° °
Al
9| Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 5 3 5
+| Akilli termal sensor L]
I . ° °
L&) Coanda Etkisi (yalniz sogutma) (sogutma ve 1sitma)
O,@ Ururu - nemlendirme .
Sarara - nem alma o
oY
Nem alma programi L] L] ° ° ° ° ° °
*| Flash Streamer** [ L] °
* Titanyum apatit koku giderici ° ° ° ° ° ° °
PV filtre
Eﬁ GUmis alerjenleri uzaklastirma ° °
= | ve hava temizleme filtresi
* Hava filtresi o o o o ° ° o ° °
e Gevrimici kumanda / WLAN 3 ° ° ° o ¢ o o o
Haftalik zamanlayici ° ° ° ° °
24 Saat zamanlayici ° ° ° ° [ ° ° °
S
Uzaktan kumanda ° ° ° ° [ [ ° ° °
TI Kablolu kumanda o o o .
% Merkezi kumanda [ ° ° [ ° °
[ﬁ Coklu bolgelere ayirma resmi °
i3 Otomatik yeniden calisma ° ° ° ° [ [ ° ° °
|| Otomatik hata tespiti ° ° ° ° ° ° ° ° °
SES Multi model uygulama o o o 20’253.5 anfi o o
I"f -25°C'ye kadar calisma
-25°| garantisi

* Secenek olarak mevcuttur

** Flash Streamer teknolojisi medikal amacglarla kullanim igin tasarlanmamistir



Siesta serisi Optimize 1sitma serisi
j‘ﬁﬁ/ Duvar tipi fﬂj/
duvar tipi duvar tipi
ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F ATXTP-K
=
) e @@ | g2 | =@ ) (em | ] | o=
° ° ° ° ° ° ° °
° °
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
°
° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
°
° ° ° °
° °
° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
5 5 3 5 5 5 5 5 5
°
°
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° °
° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° ° ° ° °
(3 o . (3 ° (3 o o o
° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
o o o
° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° 20,25,:5 sinifi
° ° ° ° °
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Tam Split ic Unite serisi

Sogutucu akiskan Tipi Model Uriin adh 15 20 25 30 35 40 42 50 60 71
Ururu Sarara
Isitma ve sogutma modunda usttin verimliliklerle FTXZ-N
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve (){alm;ca (){alm;ca (){alm;ca
havalandirma dahil eksiksiz klima kontroli bire bir) bire bir) bire bir)
CTXA-AW/BS/ (yaﬁm
Stylish BT/BB | )
En kompakt tasarimh duvar tipi tGinite FTXA-AW/BS/ J
BT/BB =
Daikin Emura S ‘ |
Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasanim harikasi E__*
D [ ]
ti:iv o Perfera CTXM-N (yalnizca
Yiiksek performans ve yiiksek i¢ ortam havasi — i mul)
kalitesi i¢in duvar tipi Unite tasarimi FTXM-N
Standart
a Comfora
YuI.(sek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi FTXP-M9 == : i) (yainzca (panzcs
unite bire bir) | bire bir) | bire bir)
Sensira
g TR . - D D (A D XD
I?u_§9k.enerj| tuiketimi ve yiiksek konfor igin duvar FTXF-B/A — ylnzcal (lnizca ylnizca ylnzca (yainzcal (yalnzca
tipi Unite bire bi) | bire br) bire bir) bire bir) | bire bir) | bire bir)
Sensira FTXC-B (A~ dIA* 4 A 4 A A 4
Parasinin tam karsiligini veren duvar tipi Gnite " (yalnizca, (yalniza (yalnizca (yalnizea, (yalnizca| (yalnizca
= bire bir) | bire bir) bire bir) bire bir) | bire bir) | bire bir)
. Déseme tipi Unite —
Doseme ) . ) )
tipi th h.a'va ak|§|. sgxes.mde optimum isitma konforu FVXM-F | (A8 (A8 (A8
icin doseme tipi tinite — !
- Gizli tavan tipi Unite r . .
tGiIZiII tavan Yalnizca 200 mm yikseklikte kompakt gizli tavan FDXM-F9 -
P tipi tinite
Siesta duvar tipi Gnite
2 bolgeli hareket algilama sensorii sayesinde ATXM-N ‘ (ya;m
optimum verimlilik ve konfor icin sik ve modern mult)
tasarim
Siesta duvar tipi Ginite - - -
f . / Yiiksek verimlilik ve konfor saglayan Siesta sik ATXP-M ]
W Duvar duvar tipi Ginite ——
serisi tipi Siesta duvar tipi tGnite
Dustik enerji tuketimi ve ylksek konfor i¢in duvar ATXF-A oD (A8 D
tipi Unite =
Siesta duvar tipi tinite
Duvar tipi Unite duistik maliyetlidir ve kesintisiz ATXC-B
. N i (yalnizea, (yalnizca (yalnizca (yalnizca| (yalnizca| (yalnizca
temiz hava saglar bire bir) | bire bir) bire bir) bire bir) | bire bir) | bire bir)
Stylish
-25°C'ye kadar disen dis ortam sicakliklarinda dahi ~ FTXTA-AW ol
en kompakt tasarimli duvar tipi tinite - bire bir)
Perfera
Mikemmel i¢ ortam hava kalitesine sahip sik duvar ~ FTXTM-M ‘ iz iz
tipi tasarim bire bir) bire bir)
- Comfora
grt):::lze Duvar Yiiksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi FTXTP-K — ! a a
serisi tipi Unite bire bir) bire bir)
G A" 4 A" 4
Ddseme tipi Unite | = =
Cift hava akisi sayesinde optimum isitma konforu FVXM-F | (yalnizea (yalnizea
icin doseme tipi Unite — j bire bire
- bir) bir)
Siesta duvar tipi Gnite
Yuksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi ATXTP-K iz iz
Unite — bire bir) bire bir)

Sogutma ve isitmada enerji verimlilik sinifi (iliman iklim)
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Tam dis Unite serisi

Her evde calisan esnek yapilandirmalar
Ister tek bir oda ¢ozimi ister tim eviniz icin genel bir sistem ariyor olun
ihtiyaclarinizi karsilayacagimizdan emin olabilirsiniz.

Bire bir split veya multi split kombinasyon -
dogrudan sistem karsilastirmasi

Klimasiz odalar icin klasik  Sadece tek bir multi split dis
bire bir split kurulumu Uniteyle benzer durumlara
uygun ¢ozim

Sogutucu akigkan Tipi Model Uriin ad 20 25 30 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90
"
RXZ-N . ° ° °
RXA-A/B il | ° ° ) ° °
RXJ-M/N . u ° [ ° °
Bire bir 1si pompasi RXM-N(9) -‘E [ [ [ [ o [ [
Standart RXP-M - _E [} [} [} ® [ [}
seri -
&
RXC-B i [ [ [ [ ] [ J [}
s
RXF-A/B i [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [}
2 portlu MXM-M(9) [} °
3portlu MXM-N e | ° ° °
Multi 1s1 pompasi —
4 portlu MXM-N L ® °
5 portlu MXM-N ®
ARXM-N9 [ ° °
ARXP-M e ) ° [
Bire bir 1si pompasi  ———————————————— F
5 ARXF-A - o | o ° ° ° °
este Coames
serisi ARXC-B ® [ [ ) ° )
2 portlu AMXM-M ot T [} °
Multi 1s1 pompasi e — m
3 portlu AMXM-M - [}
RXTA-N ."' & L
o~ [ [ ]
L. RXTM-N - _E (yalnizca (yalnizca
Optimize -25°C'ye kadar bire - bire bir) bire bir)
Isitma bi g [ ] [ ]
- ir 151 pompasi -
serisi RXTP-N9 - _E (yalniza (yalnizca
: bire bir) bire bir)
s ° °
ARXTP-N ' = I (yalnizca (yalnizca
o bire bir) bire bir)
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FTXZ-N + RXZ-N
Duvar tipi Unite

Isitma ve sogutma modunda Ustin verimliliklerle
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve
havalandirma dahil eksiksiz klima kontrolu

> Nemlendirme, havalandirma, hava temizleme ve isitma + sogutma
icin 1sistemde benzersiz kombinasyon

> 3 bolgeli hareket algilama sensorU: hava, odada insanlarin
bulunmadigi alanlara dogru dflenir. 3 yonde tespit mimkindur:
sol, 6n ve sag. Oda icerisinde insan varligi tespit edilmezse, tnite
otomatik olarak enerji tasarruf ayarina geger.

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel a§ veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz

> Kendi kendine temizleme 6zelligi sayesinde filtrelerin
temizlenmesine gerek yoktur

Urwrru
P
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> Sezonsal verimlilik degerleri: sogutma ve isitmada tim seri A+++ ARCA77AI BRPOG9B42
> Fisilti kadar sessiz calisma: Unitenin ¢alisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!
> 3 boyutlu hava akisl, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk
havayi ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini
birlestirir
> 2013 Reddot tasarim &duld
Verimlilik verileri FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N +35N 50N + 50N
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Cekilen glig Sogutma Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Isitma Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 92 136 203
Alan isitma (lman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kw 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 573 5,50
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 831 1.100 1.427
Nominal verimlilik EER 6,10 5,30 4,55
copP 5,80 5,00 4,47
Yillik enerji tiiketimi kWh 205 330 550
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
i¢ iinite FTXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 295x798x372
Agirhk Birim kg 15
Hava filtresi Tipi Kendi kendini temizleyen filtre
Fan Hava debisi Sogutma Sessiz calisma/Dilsiik/Yiksek m*/dk 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0
Isitma Sessiz alisma/Dilsiik/Yiksek ~ m>/dk 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 59/7,7/14,4
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 54 57 60
Isitma dBA 56 57 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Diisiik/Nom./Yiiksek dBA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Isitma Sessiz calisma/Dustik/Nom./Yuksek dBA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC477A1
Kablolu kumanda -
Giig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite RXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 693x795x300
Agirlik Birim kg 50
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59 61 63
Isitma dBA 59 61 64
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Yiksek dBA 46 48 49
Isitma Yiiksek dBA 46 48 50
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT -10~43
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT -20~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 1,34/0,9
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 10
Kot farki iU-DU Maks. m 8
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
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FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B

Duvar tipi Unite

En kompakt tasarimli duvar tipi Gnite

> Tum i¢ dekorlara sorunsuz uyum saglayan kompakt ve islevsel
tasarimi beyaz, siyah, gimus ve siyah ahsap rengi secenekleriyle

gelir

> Coanda etkisi, 1sitma modunda hava akisini optimize eder. Ozel
olarak tasarlanan kanatlar yardimiyla saglanan, daha odakli hava
akisi sayesinde tim odada daha iyi bir sicaklik dagilimi elde edilir.

> Akilli termal sensor, mevcut oda sicakligini tespit eder ve sicak veya

BLUEVOLUTION

FTXA-AW

FTXA-BT

soguk havayr gerekli alanlara yonlendirecek hava Ufleme modeline

gecmeden dnce havayi tim odaya esit sekilde dagitir

kontrol edebilirsiniz

» Havada askida bulunan partikillerle kimyasal reaksiyonlari tetikleyen
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi

uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Uzerinden

e RSN |

alerjenleri parcalar ve kotl kokulari daha iyi, daha temiz bir havayla

degjistirir.

> Neredeyse isitilemez: Unite o kadar sessiz ¢alisir ki, varligini
unutacaksiniz.

> Bir R-32 Urlin tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
lUzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yliksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

> Sogutma ve I1sitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri

Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen gli¢

Alan sogutma

Alan isitma (Iliman
iklim)

Nominal verimlilik

ig linite

Boyutlar
Agirlik
Hava filtresi
Fan

Ses gicii seviyesi
Ses basinci seviyesi

Kontrol sistemleri

Gl beslemesi

Dis linite
Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi

Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilar

Gl beslemesi
Akim - 50 Hz

FTXA + RXA
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kW
Sogutma Min./Nom./Maks. kW
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
EER
cop
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
FTXA
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Tipi
Hava debisi Sogutma Sessiz calisma/ m>/dk
Duisiik/Orta/Yiksek
Isitma  Sessiz calisma/ m>/dk
Diisiik/Orta/Yiiksek
Sogutma dBA
Sogutma  Sessiz calisma/Diisiik/Yiiksek ~ dBA
Isitma Sessiz calisma/Diisiik/Yuksek ~ dBA
Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
RXA
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Sogutma dBA
Isitma dBA
Sogutma  Nom. dBA
Isitma Nom. dBA
Sogutma  Ortamsicaklign Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boruuzunlugu DU -1U  Maks. m
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot farki iU-DU  Maks. m
Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

stylish

5

FTXA-BS

FTXA-BB

—
RXA20-35A ARC466A58 PCB'ye entegre L — 1
/& &,
DESIGN
GOOD AWARD reddot award 2018
DESIGN winner
CTXA15 20AW/BS/BT/BB = 25AW/BS/BT/BB = 35AW/BS/BT/BB = 42AW/BS/BT/BB = 50AW/BS/BT/BB
AW/BS/BT/BB +20A +25A +35A +42B +50B
1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-
0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 -11,31/- -/1,45/-
At
2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
Sadece multi 8,75 8,74 8,73 7,50 733
dis Unitelere 80 101 137 196 239
baglanabilir =
2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
5,15 4,60
653 666 680 1.150 1.217
4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
5,00 4,04 4,12 4,00
A/A
CIXALD 20AW/BS/BT/BB = 25AW/BS/BT/BB = 35AW/BS/BT/BB = 42AW/BS/BT/BB = 50AW/BS/BT/BB
AW/BS/BT/BB
295x798x189
12
Cikartilabilir / yikanabilir
46/61/82/11,0 46/6,1/8/11,0 4,6/6,1/9/11,5 4,6/6,1/9/11,9 4,6/7,2/10/13,1 52/7,6/10/13,5
4,5/6,4/8,7 /10,9 4,5/6,4/90/11,1 | 45/64/90/11,5 | 52/7,7/105/14,6 | 57/82/11,1/151
57 60
19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46 | U334
ARC466A58
BRCO73
1~/50/220-240
20A 25A 35A 428 508
550x765%285 734x870x373
32 50
59 61 62,0
59 61 62,0
46 49 48,0
47 49 48,0
-10~46
Sadece multi -15~18
dis Ginitel R-32
I$ unitelere 675,0
baglanabilir 0,76/0,52 1,10/0,75
6,35 6,4
9,50 12,7
20 30
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15,0 20
1~/50/220-240
10 13
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FTXJ-MWY/S + RXJ-M/N
Duvar tipi Unite

Ustiin verimlilik ve konfor sunan tasarim harikasi

> Simgelesen tasarim ve mihendislik harikasinin mat kristal beyaz ve
glmus rengi sik yizeyle inanilmaz uyumu

> MUkemmel tasarimi sayesinde Daikin Emura pek ¢ok kez
odallendirilmistir

> GUmUs alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb.
alerjenleri yakalayarak kararli sekilde temiz hava besler

> Cevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi bir
uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tzerinden
kontrol edebilirsiniz

> Fisilt kadar sessiz calisma: Unitenin ¢alisma sesi neredeyse
duyulmaz. Ses basinci seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

> 2 bolgeli hareket algilama sensérd: hava, o anda kimsenin olmadigi
bir alana dogru Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Unite
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarina geger

> Bir R-32 Urlin tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz

> Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri FTXJ + RXJ 20MW +20M

20MS +20M | 25MW +25M | 25MS+25M | 35MW +35M | 35MS +35M

| 48
BLUEVOLUTION DAIKIN
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¢

ARC466A9

BRP069B42

> 3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk
havayi ulastirmak i¢in dUsey ve yatay otomatik salinim ¢zelligini
birlestirir

50MW +50N = 50MS + 50N

Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Cekilen glig Sogutma Nom kW 0,50 0,51 0,86 1,43
Isitma Nom kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi A
Kapasite Ptasarim kw 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 92 97 170 239
Alan isitma (liman Enerji verimliligi sinifi At
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,28
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 639 821 913 1.505
Nominal verimlilik EER 4,64 4,73 4,09 3,35
CcoP 5,00 4,57 4,04 3,65
Yillik enerji tiiketimi kWh 248 254 428 715
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite FTXJ/FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MwW 50Ms
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 303x998x212
Agirlik Birim kg 12
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m?/dk 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz galisma/ m?/dk 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6
Diisiik/Orta/Yiiksek
Ses giicti seviyesi Sogutma dBA 54 59 60
Isitma dBA 56 59 60
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Duistik/Yiiksek dBA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A9
Kablolu kumanda -
Dis linite RXJ/RXJ 20M 20M 25M 25M 35M 35M 50N 50N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Agirlik Birim kg 32 50
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 59 61 63,0
Isitma dBA 59 61 63,0
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 46 49 48,0
Isitma Nom. dBA 47 49 48,0
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675,0
Sarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,50 12,7
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20 30
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki i0-D0 Maks. m 15,0 20
Giig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13

Nominal verimlilik: 35°/27° nominal y(ikte sogutma, 7°/20° nominal yiikte 1sitma | 240 V| 230V | 220V | Elektrik verileri igin ayri ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligr igin ayri ¢izime bakin | Florlu sera gazlar igerir | Nominal
1sitma kapasiteleri su parametrelere dayanmaktadir: i¢ ortam sicakligi: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam
sicakhigi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m.
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FTXM-N + RXM-N(9)
Duvar tipi Unite

Mukemmel i¢ ortam hava kalitesine
sahip stk duvar tipi tasarim

> Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Neredeyse isitilemez: Unite o kadar sessiz ¢alisir ki, varhigini
unutacaksiniz.

> Havada askida bulunan partikillerle kimyasal reaksiyonlar tetikleyen
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi
alerjenleri parcalar ve kotl kokular daha iyi, daha temiz bir havayla
degistirir.

> 2 bolgeli hareket algilama sensori: hava, o anda kimsenin olmadigi
bir alana dogru Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Unite
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarina gecer

» Cevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi bir
uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tizerinden
kontrol edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz

> Ic tasanmla ilgili Avrupa duyarliliklarina uygun ince, géze batmayan
klima Unitesi

> Bir R-32 UrUind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dustrebilir ve yiksek

BLUEVOLUTION
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> 3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk
havayi ulastirmak i¢in dUsey ve yatay otomatik salinim ¢zelligini

enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde birlestirir

edebilirsiniz
Verimlilik verileri FTXM +RXM | 20N+20N9 | 25N+25N9 | 35N+35N9 | 42N +42N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. KW | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00

50N + 50N9

1,70/5,00/6,00

60N + 60N9 71IN+71N
1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50
1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20

2,34
2,57

7,10
6,20
401

6,20

4,10
2.115
3,03

3,19

1.172

B/D

71N

9,1/12,0/14,6/17,1 110,1/12,5/15,0/17,6

61
32/38/47
34/37/46

71N
734x870x320

56

66

67

47

48
-10~46
-15~18

15,90

Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 @ 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 ' 1,70/5,80/7,70
Cekilen glig Sogutma Nom kw 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77
Isitma Nom kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi At
Kapasite Ptasarim kw 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00
SEER 8,65 7,85 741 6,90
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 81 101 138 187 236 304
Alan isitma (Iman Enerji verimliligi sinifi At
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80
SCOP/A 5,10 4,71 4,30
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 632 659 687 1.189 1.369 1.562
Nominal verimlilik EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39
cop 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61
Yillik enerji tiiketimi kWh 219 278 402 485 679 885
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
i iinite FTXM 20N 25N 35N 42N 50N 60N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Agirlik Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz ¢alisma/ m?’/dk | 4,4/6,0/7,9/11,1  4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/83/12,3 4,6/7,1/9,5/12,6 81/11,6/14.2/16,1
Duistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz galisma/ m’/dk | 5,3/6,5/8,7/10,8 | 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 53/7,1/10,4/13,0 10,7/12,2/14,6/17,1111,2/12,6/15,6/17,7 11,9/13,0/16,2/18 4
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 57 58 60 58 60
Isitma dBA 54 60 58 59
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Duslk/Yiiksek dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46
Isitma Sessiz calisma/Duistik/Yiiksek dBA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRC073A1
Dis linite RXM/RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Agirlik Birim kg 32 50
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 59 58 61 62 63
Isitma dBA 59 61 62 63
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49 48 49
Calisma sicaklik araligr Sogutma  Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~50
Isitma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CYT -20~24
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,50 12,7
Boru DU-1U Maks. m 20 30
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m 10 -
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15 20
Glig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13

20

Nominal 1sitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 20°C KT, dis ortam sicakligi: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam
sicakligi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Elektrik verileri icin ayri cizime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayn ¢izime bakin | Isitma: i¢ ortam sicakligi 20°C KT /
dis ortam sic. 7°C KT, 6°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m | Sogutma: i¢ ortam sicakligi 27°C KT, 19,0°C YT, dis ortam sicakhigi 35°C KT, 24°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B,
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEBY, FHA*AVEBY, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEBY ile birlikte kullanilabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanilabilir |
Florlu sera gazlar igerir | Sogutma: i ortam sicakligi 27°C KT, 19°C YT; dis ortam sicakligi 35°C KT, 24°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m
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FTXP-M(9) + RXP-M BLUSVOLUTION CcoMfToro
Duvar tipi Unite _C}

Yiksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi Unite

~

Neredeyse isitilemez: Uinite o kadar sessiz ¢alisir ki, varligini
unutacaksiniz.

Gevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi &3 -
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol . - e

~

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
GUmUs alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. FTXP20-35M9
alerjenleri yakalayarak kararli sekilde temiz hava besler

3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk 3 D
havay! ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini =
birlestirir

Unitenin kompakt boyutlari saeysinde yenileme projeleri, 6zellikle
de kapr Ustt kurulumlart icin ideal bir segenektir

Bir R-32 Uriind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre

~

~

W

vl lind

~

| Arrinif

~

Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda disurebilir ve yiksek RXP20-35M ARC480ATI BRPO69B4S (2MXM40-50,
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disiik bir enerji tiiketimi elde VPERED)
edebilirsiniz » Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim

> Sogutma ve I1sitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Verimlilik verileri FTXP + RXP 20M9 +20M 25M9 + 25M 35M9 +35M 50M + 50M 60M + 60M 71IM+71M
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/71/7,3
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW | 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Cekilen guig Sogutma Min./Nom./Maks. kw | 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 | 0,320/1,385/1,826 | 0,332/1,824/2,980 | 0,449/2,689/3,274
Isitma Min./Nom./Maks. kW | 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 0,440/1,579/2,356 | 0,456/1,928/2,787 | 0,617/2,571/3,306
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi A
Kapasite Ptasarim kw 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 71
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 103 126 186 240 308 401
Alanisitma (lhman Enerji verimliligi sinifi A+
iklim) Kapasite Ptasarim kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 662 728 845 1.463 1.638 2.166
Nominal verimlilik EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
CcoP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Yillik enerji tiiketimi kWh 249 326 - 693 912 1.345
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A -/-
i iinite FTXP 20M9 25M9 35M9 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Agirlik Birim kg 8,50 9,00 13,5
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m*/dk | 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5 |8,3/11,5/14,0/16,3 9,2/11,8/14,4/16,8 10,1/11,8/14,4/16,8
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz ¢alisma/ m¥/dk | 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5 10,4/11,8/14,4/17,3 11,0/12,4/15,3/17,9
Duistik/Orta/Yiiksek
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA 55 58 59 60 62
Isitma dBA 55 58 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Isitma Sessiz calisma/Dilsiik/Yiiksek/Stiper yiiksek dBA 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A53
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1 -
Dis iinite RXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Agirhk Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 60 62 61 63 66
Isitma dBA 61 62 61 63 65
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom./Yiiksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-
Isitma Nom./Yiiksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675,0
Sarj kg/TCO2Eq 0,55/0,37 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,5 12,7
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 15 30
llave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 12 20
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri icin ayn cizime bakin | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakhigr: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma
kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Florlu sera gazlar icerir | Calisma sicaklik araligi igin ayri ¢izime bakin
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FTXF-B/A + RXF-A/B

Duvar tipi Unite

DusUk enerji tuketimi ve yiksek konfor icin duvar tipi Unite

> A++'ya kadar cikan sezonsal verimlilik degerleri

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
> 21 dBA'ya kadar disen calisma seslerine sahiptir

> Bir R-32 Urdn( tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusdrebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

Verimlilik verileri FTXF + RXF
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Cekilen gli¢ Sogutma Min./Nom./Maks. kw
Isitma Min./Nom./Maks. kW
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Alan isitma (lman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Nominal verimlilik EER
CcopP
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
ig linite FTXF
Boyutlar Birim YukseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Hava filtresi Tipi
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m?/dk
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz calisma/ m?/dk
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA
Isitma Sessiz calisma/Duistik/Yiiksek dBA
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Gl¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Dis linite RXF
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom./Yiksek dBA
Isitma Nom./Yiiksek dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Boru baglantilan Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m
llave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Gl¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

BLUEVOLUTION

FTXF-B/A
T — .
— f
- et |
=
RXF20-35B/A BRC52A BRP069B45
20B +20B 25B +25B 35A +35A 50A + 50B 60A + 60B 71A+71A
1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/71/7.3
1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 | 0,320/1,502/1,826 | 0,332/1,846/2,980 | 0,449/2,773/3,274
0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 | 0,440/1,617/2,356 | 0,456/1,628/2,787 | 0,617/2,603/3,306
<3
2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
6,15 6,22 6,21 6,15 515
114 141 197 282 342 483
2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
4,10 4,06 3,81
751 827 965 1.585 1.653 2.278
3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
255 380 500 751 923 1.387
A/A -/-
20B 25B 35A 50A 60A 71A
286x770x225 295x990x263
8,5 9,0 13,5
Cikartilabilir / yikanabilir
4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3/11,5 | 10,5/11,9/14,4/16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3
5,3/6,5/8,4/10,3 | 5,3/6,7/86/10,3 | 53/7,0/9,0/11,5 | 10,7/12,2/148/173 11,3/12,8/15,8/17,9
55 58 59 60 62
55 58 61 62
20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45
ARC470A1
BRC944B2 / BRCO73A1 BRCO73A1
1~/50/220-240
20B 25B 35A 50B 60B 71A
550x658x275 734x870x373
26 28 46,0 50,0
60 62 61 63 66
61 62 61 63 65
-/46 -/48 47/- 49/- 52/-
-/47 -/48 49/- 52/-
-10~46
-15~25
R-32
675,0
0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78
6,35 64
9,5 12,7
15 30
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
12 20

1~/50/220-240
16
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FTXC-B + RXC-B

Duvar tipi Unite

Parasinin tam karsiligini veren duvar tipi Unite

BLUEVOLUTION

> Stk dUiz 6n paneli i¢ dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi cok

kolaydir

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel a§ veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
> A++'ya kadar ¢ikan sezonsal verimlilik degerleri
» Bir R-32 Uriind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre

Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek

enerji verimliligi sayesinde dogrudan dsuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glig

Alan sogutma

Alan isitma (lliman
iklim)

Nominal verimlilik

i¢ iinite
Boyutlar
Agirlik
Hava filtresi
Fan

Ses glicii seviyesi
Ses basinci seviyesi
Kontrol sistemleri

Dis iinite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicl seviyesi

Ses basinci seviyesi
Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl¢ beslemesi
Akim - 50 Hz

36

FTXC + RXC
Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Min./Nom./Maks. kw
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
EER
Ccop
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
FTXC
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Tipi
Hava debisi Sogutma  Sessiz ¢calisma/ m*/dk
Dusuk/Orta/Yuksek
Sogutma dBA
Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA
Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
RXC
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Sogutma dBA
Sogutma  Yiksek dBA
Sogutma  Ortamsicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT
Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru DU-10 Maks. m
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m
Ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

FTXC25-35B

RXC25-35B BRC52B66 BRP0O69B45
20B +20B 25B +25B 35B +35B 50B + 50B 60B + 60B 71B+71B
1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,2/7,0 2,3/7,1/73
1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,0/9,00
0,30/0,595/1,15 0,30/0,765/1,15 0,32/1,05/1,74 0,30/1,55/2,11 0,38/1,89/2,05 0,44/2,38/2,54
0,28/0,670/1,35 0,28/0,750/1,35 0,28/1,07/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,68/2,35 0,50/2,46/2,74
A
2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
6,89 6,84 6,87 6,45 6,40 5,30
106 132 175 276 340 459
1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
4,40 4,45 4,28 4,42 4,24 3,81
594 700 732 1.236 1.354 2334
3,36 335 3,29 3,30 2,98
3,73 3,79 3,74 3,71 3,81 3,25
A/A C/C
20B 25B 35B 50B 60B 71B
288x785x250 297x1.010x288
9,00 9,50 13,0
Cikartilabilir / yikanabilir
5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4
54 55 57 60
20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
BRC52B66
20B 25B 35B 50B 60B 71B
550x658x273 615x845x300 695x930x350
24,0 26,0 39,0 45,0
58 60 65 66 69
45 46 51 54
10~46 -10~46
-15~18
R-32
675,0
0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776
6,4
9,52 12,7
20 30
8
0,017 (7,5 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15,0 20,0
1~/50/220-240
16 20



FVXM-F + RXM-N9 BLUEVOLUTION

Doseme tipi Uinite

e
. . . T
Cift hava akisi sayesinde optimum Isitma
konforu icin ddoseme tipi Unite —
» A++'ya kadar ¢ikan sezonsal verimlilik degerleri =1
> Yiksek olmamasindan dolayr (620 mm) pencere altina uyumlu %;
sekilde monte edilebilir e ——
> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi o
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gzerinden kontrol FVXM25-35-50F
edebilir ve enerji tiiketiminizi takip edebilirsiniz
> Cok sessiz calisma: 23 dBA'ya kadar diisen ses basinci seviyesi
> Bir R-32 Urlin tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre =i |ie g
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek —
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dustk bir enerji tiketimi elde .
edebilirsiniz i ]
- - }
= .
RXM20-35N9 ARC452A1 BRP069B42
Verimlilik verileri FVXM + RXM 25F + 25N9 35F + 35N9 50F + 50N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,30/2,50/3,00 1,40/3,50/3,80 1,40/5,00/5,60
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 1,30/3,40/4,50 1,40/4,50/5,00 1,40/5,80/8,10
Cekilen glig Sogutma Nom. kw 0,60 1,09 1,55
Isitma Nom. kw 0,77 1,19 1,60
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi At
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 120 190 257
Alan isitma (Iliman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 737 1.015 1471
Nominal verimlilik EER 4,20 3,21 3,23
cop 4,42 3,78 3,63
Yillik enerji tiiketimi kWh 298 545 773
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
i¢ iinite FVXM 25F 35F 50F
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x700x210
Agirlik Birim kg 14
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m?/dk 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5 6,6/7,8/8,9/10,1
Dusuk/Orta/Yuksek
Isitma Sessiz ¢alisma/ m?/dk 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4 7,1/8,5/10,1/11,8
Duistik/Orta/Yiiksek
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 52 57
Isitma dBA 52 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dusiik/Yiiksek dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/45
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Kablolu kumanda -
Dis linite RXM 25N9 35N9 50N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Agirlik Birim kg 32 50
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 58 61 62
Isitma dBA 59 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,50 12,7
Boru DU -0 Maks. m 20 30
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m 10 -
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki  iU-DU Maks. m 15 20
Gl beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Elektrik verileri icin ayn ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayn ¢izime bakin | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakhigi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakhgi: 35°C KT, esdeger boru
uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m.| 240V | 230V | 220V | 50 Hz,
220-230-240 V | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEBY, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB ile birlikte kullanilabilir | Sadece CTXM*N2V18B,
ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V18B ile birlikte kullanilabilir | Florlu sera gazlar icerir
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FDXM-F9 + RXM-N9 BLUEVOLUTION

Gizli tavan tipi Unite

Yalnizca 200 mm yUkseklikte kompakt gizli tavan tipi tnite

> Unite tavana gomuli sekilde monte edildiginden nite goérinmez:
disaridan yalnizca emis ve desarj 1zgaralari gorilebilir

> Kompakt boyutlari sayesinde yalnizca 240 mm'lik bir asma tavan
bosluguna kolayca monte edilebilir

> 40 Pa'ya kadar, orta seviyede cihaz disi statik basing, farkli
uzunluklardaki esnek kanallarin kullanilabilmesini saglar

> R-32 ve R-410A icin tek i¢ Unite serisi

> Kendi kendini temizleyen filtre secenedi diizenli filtre temizligi
sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve gtvenirlik sunar

» Coklu bolge kiti bir i¢ Gnitenin birden fazla sayida, bagimsiz olarak
kontrol edilen klima bélgesine hizmet vermesine imkan tanir

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

FDXM25-35F3

L

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz RXM20-35N9 BRCIHSIK BRPOG9BS
> DC fan motoru sayesinde disuk enerji tiketimi
Verimlilik verileri FDXM + RXM 25F9 + 25N9 35F9 + 35N9 50F9 + 50N9 60F9 + 60N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
ns.c % -
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 148 226 303 378
Alan isitma (lliman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
ns,h % -
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 858 1.046 1.424 1.693
i¢ iinite FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 200x750%x620 200x1.150x620
Adirlik Birim kg 21 28
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Diisiik/Orta/Yiiksek  m*/dk 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Isitma Diisiik/Orta/Yiksek  m*/dk 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Cihazdisi  Nom. Pa 30 40
statik basing
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 53,0 55,0 56,0
Isitma dBA 53,0 55,0 56,0
Ses basinci seviyesi Sogutma  Dustik/Yiksek dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Isitma Diistik/Yiiksek dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda -
Kablolu kumanda BRC'H"K
Dis linite RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Agirlik Birim kg 32 50
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 58 61 62 63
Isitma dBA 59 61 62 63
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~25
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,50 12,7
Boru DU -0 Maks. m 20 30
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m 10 -
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15 20
Gl¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 20°C KT, dig ortam sicakligi: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam
sicakhigr: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakhigi: 35°C KT, esdeder boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. Calisma sicaklik araligi igin ayri ¢izime bakin | Elektrik verileri icin ayri ¢izime bakin | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B,
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEBY, FHA*AVEBY, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEBY ile birlikte kullanilabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanilabilir |
Florlu sera gazlari igerir
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CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Daikin Altherma
hibrit 1s1 pompasi

Isitma, sogutma ve sicak su icin havadan suya ve havadan
havaya 1si pompasini birlestiren 1sitma teknolojisi

> Daikin Altherma hibrit 1si pompasi, havadan suya 1si pompa
teknolojisini gaz yogusma teknolojisi ile birlestirir
> Havadan suya 1si pompasi i¢in sadece Isitma duvar tipi i¢ Unite

> Duvar tipi gaz moddli

> Dig ortam sicakligina, enerji fiyatlarina ve dahili isitma ytiktine bagl

olarak Daikin Altherma hibrit 1si pompasi daima en ekonomik

calisma modunu secer

> DUsUk yatinmm maliyeti: mevcut radyatorlerin (80°C'ye kadar) ve

borularin degistiriimesine gerek yoktur

> 32 kW'a kadar ttim i1sitma yukleri karsilandigindan yenileme

uygulamalarinda yeterli isi saglar

> Kompakt boyutlari ve hizli ara baglantilari sayesinde kolay ve hizli

montaj
Duvar tipi
£8
§' E FTXA-AW//BS/BT/BB  FTXJ-MW/S
ol
(SN
ﬁag!ahablllr 15 120 2535 42 50 20 253550
i¢ Uniteler
SBMXM52N| @ ®© ®© ®© © © © o o o
BMXM68N| @ ®© © © © o o o o o
AMXM6SN © ®© © © © © o o o o
AMXMB8ON © ®© © © © o o o o o
S5MXMOON| @ ®© © © © © © o o o

Verimlilik verileri

Isitma kapasitesi Nom

cop

Pompa

Sezonsal verimlilik Kullanim sicak suyu Genel
1sitma Ortalama

.i iklim

Su isitma enerji verimliligi sinifi

FTXM-N

CTXM-N

w

kw

Aciklanan yiik profili
nwh (su

1sitma

verimliligi)

%

(1) KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), boyler bypasslandiginda

i¢ Unite (Hydrobox)

Govde Renk
Malzeme
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Calisma sicaklik arahgr Isitma Ortam sicakhdi Min.~Maks. °C
Su tarafi Min.~Maks. °C
i¢ Unite (Boyler)
Merkezi 1sitma Isitma girisiQn Nom Min/Maks kw
(net kalorifik
deger)
80/60°C'de  Min/Nom kw
Cikis Pn'si
Verimlilik  Net kalorifik deger %
Calismasicakikarahgi Min/Maks °C
Kullanim sicak suyu  Cikis Min/Nom kw
Su akis! Debi Nom 1/dk
Calismasicakikarahgi Min/Maks °C
Gaz Baglanti Cap mm
Tiiketim  Min/Maks m’/sa
(G20)
Tiketim Min/Maks m’/sa
(G25)
Tuketim Min/Maks m’/sa
(G31)
Besleme havasi Baglanti mm
Konsentrik
Baca gazi Baglanti mm
Govde Renk
Malzeme
Boyutlar Birim VikseklloGenigioDernik GOvde mm
Agirlik Birim Bos kg
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Elektrik glicti Maks. w
tlketimi Bekleme W

BLUBVOLUTION

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Gizli tavan tipi Déseme Dairesel Tam diiz Tavan Gizlidéseme Hibritisi
P tipi atish kaset kaset tipi tipi pompasi
FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9 CIKII;I;H-
60 7125 35 50 60 35 50 60 25|35 50 35 50 60 25 35 /50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08
e o o [ 2K ] ® e o o | o e e o [ 2K ] e e o [ ]
[ ® ® o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
[ J ® ® & ®&© ®© o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
® & & & o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
® & & o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
CHYHBHO5AV32 CHYHBHO05AV32 CHYHBHO05AV32 CHYHBHO05AV32 CHYHBH08AV32 CHYHBHO05AV32 CHYHBHO08AV32
/3MXM52N /3MXM68N /4AMXM68N /4AMXM8ON /4MXM8ON /5MXM90N /5MXM590N
441 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)
4,49 (1) 391(1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)
51,80 (1)
XL
96
A
CHYHBHO5AV32 CHYHBHO8AV32
Beyaz
On kaplamali metal levha
902x450x164
30,0
-15~24
25 ~50
EHYKOMB33AA2/AA3

62/76/76/221 /27,0 /27,0

6,7 /82 /82/21,8 /26,6 /266

98 /107
15/80
7,6/32,7
9,0 /15,0
40/65
15
0,78/3,39

0,90/3,93
0,30/1,29

100
1

60

Beyaz - RAL9010
On kaplamali metal levha
710x450x240
36
1~/50/230

55

2
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2/3/4/5MXM-M(9)/N

Multi model uygulama

> Guncel teknoloji ve akilli sistem sayesinde sogutmada A+++ ve

istmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

1 multi dig Gniteye 5 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Uniteler bagimsiz

sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Gnitelerin ayni odaya veya ayni

zamanda monte edilmesine gerek yoktur. ic Uniteler, ayni isitma

veya sogutma modunda eszamanli olarak ¢alisir.

Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre

Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek

enerji verimliligi sayesinde dogrudan dsuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

Farkli tiplerde i¢ Uniteler baglanabilir: 6r. duvar tipi, tek yone tflemel

kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

> Dis Uniteler, dUstk calisma sesi ve yiiksek enerji verimliligi igin
yenilenen bir swing kompresérle donatilimistir

~

~

~

Duvar tipi Gizli tavan tipi D6§'e!ne Raifesel Tam diiz Tavan tipi
tipi atigh
@
BAGLANABILIR § z
SURIDELER g FTXA-AW/BS/BT/BB § FTXM-N FTXJ-M FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9
< v
&
15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50
2MXM40M [ 2K 2K BN J [ B AN BN J LEAK 2K J o e e o o L AKX J
2MXM50M9 ® ® & 0o & o6 6 o6 o o o o ® 06 0 6 06 0 o o o o LK BN J LAK 3K )
3MXM40N [ 2K 2K BN J (A BN AN J LEAK 2K J L AK J [ J L BK J [ J [ 2K J L]
3MXM52N [ AN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN J ® 06 0 6 06 0 o o o o L AK J o e e o o LK AN J L AK J
3MXM68N [ BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN ] ([ K BE AR A B AN BE AR BE B AN AN AN AN AN BN AE B AR BN AN AN AN BN BN J
4MXM68N ® ® & 6 & 6 & o6 o o o o o ® 0 o o ® ® & 06 06 6 6 6 6 6 0 06 o o o o 0o o o
4MXM8ON ® O & 6 & 6 6 6 6 6 o o o6 o o o o o ® ® & 06 06 6 6 6 6 6 0 06 o o o o 0o o o
5MXM90N [ BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN NN BN BN BN BN ] [ BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN J
Dis iinite 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N = 4MXM68N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x958x340
Agirlik Birim kg 36 41 57 62 63 67
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 60 59 61
Isitma dBA 62 59 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom./Yiiksek dBA -/46 -/48 46/- 48/- 49/-
Isitma Nom./Yuksek dBA -/48 -/50 47/- 48/- 49/-
Calisma sicaklik araligr Sogutma  Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq | 0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,4 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20 25
llave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (20 m'yi gegen boru uzunluklar icin) 0,02 (30 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15,0
Giig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25
Florlu sera gazlar icerir | Elektrik verileri igin ayr cizime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayri gizime bakin | Tek oda icin

40

BLUBVOLUTION

3/4/5MXM-N

Gizli doseme
tipi

FHA-A9 FNA-A9

60 25 35 50 60

4MXM8ON = 5MXM90ON

68

64

64
52/-
52/-

2,40/1,6



RXYSQ-TV9/TY9/TY1

o Variable
® Refrigerant
Temperature

VRV IV S serisi 1si pompasi

yﬁy ,""r S -5eries

o
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden
tasarruf saglayan ¢c6zim VARV 1Y
> Esnek montaj icin yerden tasarruf saglayan govde tasarimi
> Tek bir iletisim noktasi Gzerinden bir binanin tim termal ihtiyaglarini
karsilar: hassas sicaklik kontrold, havalandirma, klima santralleri ve
Biddle hava perdeleri e

> Genis i¢ Unite araligi: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi sik i¢
Uniteler baglanabilir

> Alan sinirlamasi bulunan, 200 m?'ye kadar olan projeler icin uygun
genis Unite araligi (4 ile 12 HP arasi)

> VRV IV standartlarini ve teknolojilerini kullanir: Degisken Sogutucu
Akiskan Sicakligi ve inverter kompresdrler

> Pik enerji tiiketimini %30 ila 80 arasinda sinirlama imkani, érnegin
yUksek gii¢ talebinin oldugu dénemlerde

> TUm standart VRV 6zelliklerine sahiptir

Gf:?/;f

Gy
A
%z
=
=

Sertifikali Geri Kazanilan Sogutucu Akiskanin
Yerinde Kullanimini saglayan trtnleri tercih

ederek sogutucu akiskanlarin yeniden kullanimini

destekleyebilirsiniz

Baglanabilir sik i¢ Uniteler

RXYSQ4-6TV9_TY9

ErP 2021

UYUMLY

LOT 21 -Kisim 2 ile
halihazirda uyumludur

Ger¢ek uygulamada
kullanilan ig iinitelerden
yayinlanan veriler

15 SINIFI 20 SINIFI 25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI
Dairesel atisl kaset FCAG-B ° J ° J
Tam diiz kaset FFA-A9 ° ° ° °
ince gizli tavan tipi iinite FDXM-F9 ° ° ] °
Inverter fanlh gizli tavan tipi Gnite FBA-A(9) ° ° ° °
Daikin Emura - Duvar tipi tinite FTXJ-MW/MS ° ° ° °
Stylish - Duvar tipi Unite FTXA-A ° ° ° °
Perfera - Duvar tipi Unite CTXM-N/FTXM-N ° ° ° [ ° ° °
Tavan tipi tinite FHA-A(9) ° ° °
Nexura - Déseme tipi Unite FVXG-K ° ° °
Déseme tipi inite FVXM-F ° ° °
Gizli déseme tipi Unite FNA-A9 ° ° ° °
RXYSQ-TV9 ile ilgili tim teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret
ederek veya burayi tiklayarak ulasabilirsiniz.
Dis linite RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Kapasite araligi HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Sogutma kapasitesi  Prated,c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Isitma kapasitesi Prated,h kw 8,0 9,2 10,2 8,0 9,2 10,2 14,9 19,6 23,5
Maks. 6°CYT kw 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 375
ns.c % 2789 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 2473 2474 256,5
ns.h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 44 46 49 3,9 42 44 42 41 43
Baglanabilir maksimum i¢ tnite sayisi 64
I¢ endeks baglantisi ~ Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 1250 150,0
Nom. -
Maks. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 1.345x900x320 1430x940x320 1.615x940x460
Agirlik Birim kg 104 144 175 180
Ses giicii seviyesi Sogutma Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0
Ses basinci seviyesi Sogutma  Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Calisma sicaklik araligr Sogutma Min.~Maks. °CKT -5,0~46,0 -5,0~52,0
Isitma Min.~Maks. °CYT -20,0~15,5
Sogutucu akiskan Tipi/GWP R-410A/2.087,5
Sarj kg/TCO2Eq 3,6/7,5 55/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Boru baglantilar Sivi DC mm 9,52 12,7
Gaz DC mm 159 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Toplam boru Sistem Gergek m 300
uzunlugu
Glig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 16 25 32

Gercekte baglanabilir i¢ Unite sayisi, i¢ Unite tipine (VRV DX i¢ Unite, RA DX i Unite vb.) ve sistemin baglanti orani kisitlamasina (%50 < CR < %7130) baglidir.
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Siesta dis Unite
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Siesta
duvar tipi uniteler

Siesta serisi, A++'ya varan yuksek verimlilik degerlerine
sahip genis bir dizi duvar tipi Unite sunar. Bu Uniteler
mukemmel konfor diizeyleri saglar ve bir multi dis
Uniteye neredeyse tim i¢ Uniteler baglanabilir.

Siesta Bluevolution serisi Bl LIBVOLLUITiON

Tipi Model Uriin adi 20 25 35 50 60 7

Duvar tipi Unite

°
2 bolgeli hareket algilama sensorii ve Flash
Streamer sayesinde optimum verimlilik ve ATXM-N (yr?]lSIItZSa A4 A" g A" 4

konfor icin sik ve modern Siesta Unite
Duvar tipi Unite
j . Siesta yuksek verimlilik ve konfor sunarken ATXP-M m m m
W, cevre lzerindeki etkileri en aza indirir =

duvar tipi Siesta duvar tipi Gnite
Dtk enerji tiiketimi ve yliksek konfor icin ATXF-A . m m m m ED

duvar tipi Unite

Siesta duvar tipi Unite

Duvar tipi inite diisiik maliyetlidir ve ATXC-B » A 2 » (A~ <

kesintisiz temiz hava saglar S
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ATXM-N + ARXM-N9 BLUEVOLUTION

St

Duvar tipi Unite

Mikemmel ic ortam hava kalitesine
sahip sik duvar tipi tasarim

> Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

> Neredeyse isitilemez: Uinite o kadar sessiz calisir ki, varligini
unutacaksiniz.

> Havada askida bulunan partikdllerle kimyasal reaksiyonlari tetikleyen
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi
alerjenleri parcalar ve kotl kokulari daha iyi, daha temiz bir havayla
degistirir.

> 2 bolgeli hareket algilama senséri: hava, o anda kimsenin olmadigi
bir alana dogru Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Uinite
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarina geger

s Gevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i Unitenizi bir
URUNE
DAHIL

ATXM20-35M

Ly

ARXM20-35N9 ARC466A33

BRP0O69B41

uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tzerinden
kontrol edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
> Ic tasanimla ilgili Avrupa duyarliliklarina uygun ince, gdze batmayan
klima Unitesi
> Bir R-32 UrlinU tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

> 3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk
havayi ulastirmak icin dUsey ve yatay otomatik salinim ¢zelligini
birlestirir

edebilirsiniz
Verimlilik verileri ATXM + ARXM ATXM20N 25N +25N9 35N +35N9 50N + 50N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/5,00/6,00
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,80/7,70
Cekilen gli¢ Sogutma Nom. kw 0,57 0,83 1,45
Isitma Nom. kw 0,56 0,99 1,53
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,40 5,00
SEER 8,55 7,35
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil Sadece multi model 102 139 238
Alan isitma (Iman Enerji verimliligi sinifi uygulamada mevcut A
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,65
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 659 687 1.384
Nominal verimlilik EER 4,39 4,09 3,45
cop 5,00 4,04 3,79
Yillik enerji tiiketimi kWh 285 416 725
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite ATXM 20N 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 295x811x272 294x811x272 300x1.040x295
Agirhk Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz ¢calisma/ m?/dk 4,4/6,0/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 8,1/11,6/14,2/16,1
Duistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz galisma/ m*/dk 5,3/6,5/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 10,7/12,2/14,6/17,1
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA 58
Isitma dBA 55 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dusuk/Yiiksek dBA 19/25/33/41 19/25/41 19/29/45 27/36/44
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 20/26/34/39 20/27/39 20/28/39 31/34/43
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRC073A1
Giig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis uinite ARXM ATXM20N 25N9 35N9 50N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Agirlik Birim kg 32 50
Ses glicl seviyesi Sogutma dBA 58 61 62
Isitma dBA 59 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 46 49 48
Isitma Nom. dBA 47 49
Calisma sicaklik araligr Sogutma  Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~50
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT -20~24
Sogutucu akiskan Tipi Sadece multi model R-32
Gwe I da mevcut 675
Sarj kgTcoEq |  YoUamaca 0,76/0,52 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,50 12,7
Boru DU-iU Maks. m 20 30
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m 10 -
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kotfarki  1U-DU Maks. m 15 20
Glig beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Nominal 1sitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 20°C KT, dis ortam sicakligi: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam
sicakhigr: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakhigi: 35°C KT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Elektrik verileri icin ayri ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligi icin ayri ¢izime bakin | Isitma: i¢ ortam sicakligi 20°C KT /
dis ortam sic. 7°C KT, 6°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m | Sogutma: i¢ ortam sicakligi 27°C KT, 19,0°C YT, dis ortam sicakligi 35°C KT, 24°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m | Florlu sera gazlar icerir | Sogutma: i¢ ortam
sicakligr 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi 35°C KT, 24°C YT; esdeger boru uzunlugu: 5 m
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ATXP-M + ARXP-M BLUEVOLUTION Mﬂ

Duvar tipi Unite

Yiksek verimlilik ve konfor saglayan sik duvar tipi Unite

> Neredeyse isitilemez: Uinite o kadar sessiz ¢alisir ki, varhgini
unutacaksiniz.

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi é =
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz

> 3 boyutlu hava akisi, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk ATXP20-35M
havay ulastirmak icin disey ve yatay otomatik salinim 6zelligini
birlestirir

> Unitenin kompakt boyutlari sayesinde yenileme projeleri, ézellikle

W

de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir T
> Bir R-32 UrUinG tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre TS
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda disurebilir ve yiksek : * :
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde g ; B
edebilirsiniz ARXP20-35M ARCA480AI BRPOG9BAS | — 1
> Sogutma ve 1sitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri TR
> Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim
Verimlilik verileri ATXP + ARXP 20M + 20M 25M + 25M 35M + 35M
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80
Cekilen glig Sogutma Min./Nom./Maks. kw 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,01/1,30
Isitma Min./Nom./Maks. kw 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi A
Kapasite Ptasarim kw 2,00 2,50 3,50
SEER 6,77 6,85 6,56
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 104 128 187
Alan isitma (Iman Enerji verimliligi sinifi At
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 663 730 847
Nominal verimlilik EER 3,98 3,79 3,45
cop 4,77 4,36 4,02
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
i; iinite ATXP 20M 25M 35M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 286x770x225
Agirlik Birim kg 8,50 9,00
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m’/dk 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5
Diisiik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz galisma/ m*/dk 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 55 58
Isitma dBA 55 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dustk/Yiksek dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43
Isitma Sessiz ¢alisma/Diistik/Yiiksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A53
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1
Dis linite ARXP 20M 25M 35M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275
Agirlik Birim kg 26 28
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 62
Isitma dBA 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Yiiksek dBA 46 48
Isitma Yiiksek dBA 47 48
Calisma sicaklik araligr Sogutma  Ortam sicakhdi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675,0
Sarj kg/TCO2Eq 0,55/0,37 0,70/0,48
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,5
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 15
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kotfarki  1U-DU Maks. m 12
Gii¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri igin ayn ¢izime bakin | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligr: 20°C KT, dis ortam sicakhigi: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma
kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligr: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligr: 35°C KT, esde@er boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Calisma sicaklik araligi icin ayri olarak verilen cizime bakin | Florlu sera gazlan
icerir
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ATXF-A / ARXF-A
Duvar tipi Unite

DUsUk enerji tiketimi ve yiksek konfor
icin Siesta duvar tipi Unite

> A++'ya kadar cikan sezonsal verimlilik degerleri

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet izerinden kontrol
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz

BLUEVOLUTION

> 21 dBA'ya kadar disen calisma seslerine sahiptir ATXF-A
> Bir R-32 Urdnd tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda disurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde =i e .
edebilirsiniz — i
: '-
- =) -
ARXF20-35A BRC52A BRP069B45
Verimlilik verileri ATXF + ARXF 20A +20A 25A + 25A 35A +35A 50A + 50A 60A + 60A 71A+71A
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/71/7,3
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW | 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Cekilen glig Sogutma Min./Nom./Maks. kw | 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 = 0,332/1,846/2,980 = 0,449/2,773/3,274
Isitma Min./Nom./Maks. kw | 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29  0,440/1,617/2,356 | 0,456/1,628/2,787 | 0,617/2,603/3,306
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi At
Kapasite Ptasarim kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,12 6,19 6,18 6,12 5,12
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 114 14 197 282 342 483
Alan isitma (lman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,07 4,03 3,81
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 751 827 965 1.585 1.653 2.278
Nominal verimlilik EER 3,94 3,30 Biss) 3,25 2,56
CcopP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Yillik enerji tiiketimi kWh 255 380 500 751 923 1.387
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A +F
i linite ATXF 20A 25A 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Agirlik Birim kg 8,5 9,0 13,5
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m’/dk | 4,4/5,9/7,9/9,8 4,4/6,1/8,1/10,1 | 4,5/6,3/83/11,5 ' 10,5/11,9/144/16:8 10,7/12,2/14,8 /17,3
Diisiik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz ¢alisma/ m’/dk = 5,3/6,5/84/103 @ 53/6,7/86/103 @ 53/7,0/90/11,5 107/12,2/148/173 11,3/12,8/15,8 /17,9
Diisiik/Orta/Yiiksek
Ses giicli seviyesi Sogutma dBA 55 58 59 60 62
Isitma dBA 55 58 61 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dusuk/Yiiksek dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRCO73A1
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Agirlik Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60 62 61 63 66
Isitma dBA 61 62 61 63 65
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom./Yiiksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-
Isitma Nom./Yiksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhdi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CYT -15~25
Sogutucu akigkan Tipi R-32
GWP 675,0
Sarj kg/TCO2Eq 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35 6,4
Gaz DC mm 9,5 12,7
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 15 30
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gecen boru uzunluklari icin)
Kot farki  iU-DU Maks. m 12 20
Gl¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

*Not: mavi hiicreler on verileri icerir
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ATXC-B + ARXC-B

Duvar tipi Unite

Parasinin tam karsiligini veren duvar tipi Unite

> Stk diiz 6n paneli ic dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi cok

kolaydir

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi
bir uygulama kullanarak, yerel a§ veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
> 19 dBA'ya kadar dusen ¢alisma seslerine sahiptir
> A++'ya kadar cikan sezonsal verimlilik degerleri

> Bir R-32 UrlinG tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

Verimlilik verileri
Sogutma kapasitesi
Isitma kapasitesi
Cekilen glig

Alan sogutma

Alan isitma (lliman
iklim)

Nominal verimlilik

i¢ iinite
Boyutlar
Agirlik
Hava filtresi
Fan

Ses glicii seviyesi
Ses basinci seviyesi
Kontrol sistemleri

Dis Uinite

Boyutlar

Agirlik

Ses glicli seviyesi

Ses basinci seviyesi
Calisma sicaklik araligi

Sogutucu akiskan

Boru baglantilan

Gl¢ beslemesi
Akim - 50 Hz

ATXC + ARXC

Min./Nom./Maks. kw
Min./Nom./Maks. kw
Sogutma Min./Nom./Maks. kw
Isitma Min./Nom./Maks. kw
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
EER
Ccop
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma

ATXC
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Tipi
Hava debisi Sogutma  Sessiz ¢calisma/ m*/dk

Dusuk/Orta/Yiksek

Sogutma dBA
Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA
Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda

ARXC
Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Birim kg
Sogutma dBA
Sogutma  Yiksek dBA
Sogutma  Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT
Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru DU -0 Maks. m
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Maksimum sigorta amperi (MFA) A

BLUEVOLUTION

ATXC25-35B

Seestn

ARXC25-35B BRC52A BRP0O69B45
20B +20B 25B +25B 35B +35B 50B + 50B 60B + 60B 71B+71B
1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,23/7,0 2,3/7,1/73
1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,00/9,00
0,30/0,600/1,15 0,30/0,775/1,15 0,32/1,06/1,74 0,30/1,57/2,11 0,38/1,92/2,05 0,44/2,41/2,54
0,28/0,670/1,35 0,28/0,755/1,35 0,28/1,08/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,73/2,35 0,50/2,49/2,74
A
2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
6,81 6,74 6,78 6,40 6,38 525
107 133 178 278 341 464
1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
4,39 4,41 4,26 4,37 4,19 3,81
595 707 736 1.250 1373 2334
333 3,30 3,25 2,95
3,73 3,76 3,72 3,71 3,21
A/A C/C
20B 25B 35B 50B 60B 71B
288x785x250 297x1.010x288
9,00 9,50 13,0
Cikartilabilir / yikanabilir
5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4
54 55 57 60
20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
BRC52B66
20B 25B 35B 50B 60B 71B
550x658x273 615x845x300 695x930x350
24,0 26,0 39,0 45,0
58 60 65 66 69
45 46 51 54
10~46 -10~46
-15~18
R-32
675,0
0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776
6,4
9,52 12,7
20 30
8
0,017 (7,5 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15,0 20,0
1~/50/220-240
16 20
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2/3AMXM-M

Multi model uygulama

> GUncel teknoloji ve akilli sistem sayesinde sogutmada A+++ ve

isitmada A++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

1 siesta multi dis Uniteye 3 i¢ Unite baglanabilir; tim i¢ Gniteler

bagimsiz sekilde kontrol edilebilir ve bu i¢ Gnitelerin ayni odaya veya

ayni zamanda monte edilmesine gerek yoktur. I¢ tniteler, ayni isitma

veya sogutma modunda eszamanli olarak ¢alisir.

Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre

Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dustrebilir ve yiksek

enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde

edebilirsiniz

> Farkli tipte duvar tipi i¢ Uniteler baglanabilir

> Dis Uniteler, dUstk calisma sesi ve yiksek enerji verimliligi igin
yenilenen bir swing kompresérle donatiimistir

~

~

Duvar tipi
BAGLANABILIR i¢
UNITELER ATXM-N
20 25 35 50 20
2AMXM40M ° ° ° °
2AMXM50M (] (] (] [ [
3AMXM52M (] [ [ [
Dis iinite 2AMXM/2AMXM 2AMXM40M 2AMXM50M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 550x765x285
Adirhk Birim kg 36 4
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 60
Isitma dBA 62
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom./Yuiksek dBA -/46 -/48
Isitma Nom./Yiiksek dBA -/48 -/50
Calisma sicaklik araligr Sogutma  Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakhgi Min.~Maks. °CYT -15~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 0,88/0,59 1,15/0,78
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,4
Gaz DC mm 9,5
Boru DU -0 Maks. m 20
uzunlugu  Sistem Sarjsiz m -
ilave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (20 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15,0
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-230-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

48
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2AMXM40-50M

St

ATXP-M
25 35
[ J [ J
[ J [ J

3AMXM52M
734x868x320
57
59
59
46/-
47/-

1,80/1,2
6,35

25
30
0,02 (30 m'yi gecen boru uzunluklari igin)

1~/50/220-240
30
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[sitmaya
optimize

En soguk iklimlere dahi uygun ¢dzimler

Daha soguk iklimler icin tasarlanan Optimised
Heating 4 mukemmel enerji verimlilik degerlerini
korurken konforlu bir i¢c ortam havasi yaratir.

GUvenirlik

-25°C'ye kadar dusen sicakliklarda dahi 1sitma sisteminizin sorunsuz
calismanin garanti edilmesi icin Optimised Heating 4 serisi gelismis
ozelliklere sahiptir.

Kolay Montaj: uzun borular

Daikin Optimised 4, arttiriimis boru uzunluklari da dahil hizli ve
kolay bir montaj stireci sunmaktadir: Daha uzun borular, iskandinav
bolgesindeki binalarin daha kalin olan duvarlar icin idealdir ve
boylece yiklenicilerin montaj strelerini kisaltmalarina yardimci olur.

T ] =

= Stylish FTXTA30+155 mm
Perfera FTXTM30+180 mm
Perfera FTXTM40+160 mm
Comfora FTXTP25-35+180 mm

SOmMine senaryosu

Stylish FTXTA ve Perfera FTXTM, esnektir ve somine vb. ilave isi
kaynaklari iceren alanlar da dahil olmak Uzere her tirlt odaya

kolayca uyum saglar.

> Odadaki sicaklik kullanici tarafindan
ayarlanan, istenilen sicaklik noktasina ulasirsa
SOMINE MANTIGI islevi (etkinlestirilmisse)
otomatik olarak devreye girer.

> Unite, harici kaynaktan aldigi sicak havay tnite
fanini kullanarak odaya dagrtir.

> Fan devri ve dagitim yogunlugu, kullanici
tarafindan ayarlanan sicaklik ile odadaki
gercek sicaklik arasindaki farka baghdir (bu
sicakliklar arasindaki fark yiksekse hava
dagrtimi daha yogun gergeklestirilir)

Odada olculen sicaklik > ayar
sicakligr =Termo kapali AT'ye
gore otomatik fan ayari

Arttinilmig yardimcr boru uzunluklar
Arttirilmig drenaj hortumu uzunluklari

A

50 cm
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Coanda etkisi

Coanda etkisi, Istma modunda hava akisini optimize eder. Ozel olarak tasarlanan kanatlar yardimiyla saglanan,
daha odakli hava akigi sayesinde tim odada daha iyi bir sicaklik dagilimi elde edilir. (Stylish FTXTA-AW icin isitma
ve sogutma modeli mevcuttur)

1

II ]

b=

Sessiz calisma Cift Hava Akisl

Stylish daha disuk ¢alisma sesi seviyelerinde daha ylksek bir enerji FVXM ddseme tipi modeli, ¢ift hava akisi sayesinde isitma konforu igin
verimliligi icin hava akisini optimize etmek Uzere 6zel bir fan idealdir. Hem yukari hem asagi yénde genis hava akisi kapsama alani
tasarimi kullanmaktadir. Ozel fan tasarimi sayesinde sesler dagitilir ve  esit bir hava dagilimi saglar.

calisma sesi azaltilir.

Isitma calismasi sirasinda ayaklariniz istimez ve sicaklik odanin her
tarafina esit sekilde dagrtilir. Maksimum konfor garanti edilir.

! Bluevolution Serisi BLUEVOLUTION
i |
¥ ] -
l= Tipi Model Uriin Adi 25 30 35 40
Duvar Stylish: inovasyonun yaraticilikla FTXTA-AW
tLilvia bulustugu nokta, -25°C’ye kadar (yalnizea
P dusen sicakliklarda dahi ¢alisabilir o
D Perfera: 2 bélgeli hareket algilama FTXTM-M A A
uvar sensorii sayesinde optimum verimlilik (alnizca (alnizca
tipi 7 bire bire
.. ve konfor icin sik ve modern tasarim 1 bir) bin)
Akilli termal sensor T comtomvmm e | o |0 o
tipi verimlilik ve konfor sunarken cevre (yalnizca {yalnzca
Pl uzerindeki etkileri en aza indirir 1 i‘l'g ‘;’;
?tyhsh gn|te5| moq.ell daha kovnforlu b{r ic ortam 'hava5| yaratmak Di5T§ierine it hava akist sayesinde optimum P | 0 w
Uzere bir odanin ylzey sicakhigini tespit etmek icin akilli termal e | 1s1tma konforu igin doseme tipi inite = bre bre
sensorl IiulJamr. Mevcut oEja sicaklig be||r|§nd|kten sonra |zg§ral| | Sietecovar i Gy s | E9
g6z sensorl, sicak veya soguk havayi gerekli alanlara yonlendirecek tpi | verimilikve konfor sunarken evre | | yanzc
- ) Y . ) ) iizerindeki etkileri indiri " .
hava tfleme modeline gecmeden &nce havayi tim odaya esit sekilde frerndeid etleren aza nay o >
dagltlf. * Alan 1sitma - ihiman iklim
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FTXTA-AW + RXTA-N

Duvar tipi Unite

En kompakt tasarimli duvar tipi Unite

~

—2d5‘;C'ye kadar disuk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti

edilir

Bir 1sitma cihazina (6r. sdémine veya firin) yakin konuma monte

edilirse ayar sicakligina ulasildiginda tim evde esit bir sicaklik

dagiliminin saglanmast icin fan calismaya devam eder

Tum i¢ dekorlara sorunsuz uyum saglayan kompakt ve islevsel

tasarimi mat, kristal ve beyaz secenekleriyle gelir

Coanda etkisi, 1sitma modunda hava akigini optimize eder. Ozel

olarak tasarlanan kanatlar yardimiyla saglanan, daha odakli hava

akisi sayesinde tiim odada daha iyi bir sicaklik dagilimi elde edilir.

Akilli termal sensdr, mevcut oda sicakhigini tespit eder ve sicak veya

soguk havayi gerekli alanlara yonlendirecek hava tfleme modeline

gegmeden once havay! tim odaya esit sekilde dagitir

Havada askida bulunan partikdllerle kimyasal reaksiyonlari tetikleyen

elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi

alerjenleri parcalar ve kotl kokulari daha iyi, daha temiz bir havayla

degjistirir.

Neredeyse isitilemez: Uinite o kadar sessiz ¢alisir ki, varligini
unutacaksiniz.

> Cevrimici kumanda: nerede olursaniz olun i¢ Gnitenizi bir
uygulama kullanarak, yerel ag veya internet tizerinden
kontrol edebilirsiniz

~

~

~

~

“

~

Verimlilik verileri FTXTA + RXTA
Sogutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Cekilen gii¢ Sogutma Nom. kw
Isitma Nom. kw
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Alan isitma (Ihman  Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Alan isitma (Soguk  Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarimh kw
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
SCOP/C
Nominal verimlilik ~ EER
cop
Yillik enerji tiiketimi kWh

Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma

ig iinite FTXTA
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirhk Birim kg
Hava filtresi Tipi
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz ¢alisma/ m*/dk
Diistik/Orta/Yiksek
Isitma Sessiz calisma/ m?/dk
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA
Isitma Sessiz calisma/Dustik/Yiksek dBA
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Dis iinite RXTA
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA
Isitma Nom. dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan  Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Boru baglantilari Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m
llave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kotfarki  1U-DU Maks. m
Glg beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

stylish

BLUEVOLUTION
y | =25°
FTXTA-AW
. s L]

TR |
=

RXTA-N ARC466A59 PCB'ye dahildir

> Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre
Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiiketimi elde
edebilirsiniz

» Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

30AW + 30N
0,70/3,00/4,50
0,80/3,20/6,90

0,71

0,66

3,00

7,63

138

2,60

510

714

3,80
1.946
4,10

4,20

4,87

357

A/A

30AW
295x798x189
11,5
Cikartilabilir / yikanabilir
4,6/5,7/8,3/11,9

5,1/6,0/8,0/11,5

60
60
20/25/43
19/24/41
ARC466A59
BRC073A4

30N
551x763x312
38
61
61
48
49
-10~46
-25~18
R-32
675
1,1/0,75
6,35
9,50
20
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
15
1~/50/220-240
16

Elektrik verileri icin ayr ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayri gizime bakin | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligr: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esde@er boru uzunlugu:
5m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esdeg@er boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Florlu sera gazlar icerir
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FTXTM-M + RXTM-N

Duvar tipi Unite

MuUkemmel i¢ ortam hava kalitesine
sahip sik duvar tipi tasarim

~

-25°C'ye kadar dustk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti

edilir

Sogutma ve isitmada A+++'ya ulasan sezonsal verimlilik degerleri

Bir 1sitma cihazina (6r. sdmine veya firin) yakin konuma monte

edilirse ayar sicakligina ulasildiginda tim evde esit bir sicaklik

dagiliminin saglanmasi icin fan ¢alismaya devam eder

Havada askida bulunan partikillerle kimyasal reaksiyonlari tetikleyen

elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi

alerjenleri parcalar ve kotl kokular daha iyi, daha temiz bir havayla

degistirir.

Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi

bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz

2 bolgeli hareket algilama sensort: hava, o anda kimsenin olmadigi

bir alana dogru Uflenir; odada kimse tespit edilmezse, Unite

otomatik olarak enerji tasarrufu ayarina gecer

> 3 boyutlu hava akisl, genis alanlarin bile her kdsesine sicak/soguk
havay ulastirmak icin dusey ve yatay otomatik salinim 6zelligini
birlestirir

> I¢ tasanmla ilgili Avrupa duyarliliklarina uygun ince, géze batmayan

klima Unitesi

[V

~

~

~

Verimlilik verileri

FTXTM-M + RXTM-N

Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kw
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw
Cekilen glig Sogutma Nom kw
Isitma Nom kw
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw
SEER
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Alan isitma (lhman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kw
SCOP/A
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
Alan isitma (Soguk Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarimh kw
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil
SCOP/C
Nominal verimlilik EER
Ccop
Yillik enerji tiiketimi kWh
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma
ig linite FTXTM-M
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Hava filtresi Tipi
Fan Hava debisi Sogutma  SessizcalimaDisik/Orta/Yiksek ~ m*/dk
Isitma Sessiz alismalDiisik/Orta/Yiksek  m*/dk
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dustik/Yiiksek dBA
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda
Kablolu kumanda
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Dis uinite RXTM-N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm
Agirlik Birim kg
Ses glicii seviyesi Sogutma dBA
Isitma dBA
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA
Isitma Nom. dBA
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT
Isitma Ortam sicakhgr Min.~Maks. °CYT
Sogutucu akiskan Tipi
GWP
Sarj kg/TCO2Eq
Boru baglantilar Sivi DC mm
Gaz DC mm
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m
Kot farki iU-DU Maks. m
Gl beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A

5,2/6,3/8,0/11,7
4,1/51/7,5/12,2

BLUSVOLUTION p@ﬂc@ O
e
[ -25°%)
— e

FTXTM30M

RXTM-N ARC466A55

BRP0O69B41

> Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin cevre
Gzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek
enerji verimliligi sayesinde dogrudan dusuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz

30M + 30N 40M + 40N
0,70/3,00/4,50 0,70/4,00/5,10
0,80/3,20/6,70 0,80/4,00/7,20
0,74 1,09
0,61 0,78
o
3,00 4,00
7,60 7,70
138 182
3,00 3,80
512 5,30
821 1.004
4,40 5,60
2296 2.779
4,02 4,19
4,10 3,71
534 5,37
366 542
A/A
30M 40M
294x811x272 300x1.040x295
10,0 14,5

Cikartilabilir / yikanabilir
4,6/5,7/9,2 /15,5
6,3/7,5/11,0/17,7
60
61
21/25/45
19/22/45

20/24/46
19/22/46
ARC466A55
BRC944B2 / BRCO73A1
1~/50/220-240

30N 40N
551x763x312
38
61
61
48
49
-10~46
-25~18
R-32
675
1,1/0,74
6,35
9,50
20
0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
15
1~/50/220-240
16
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FTXTP-K + RXTP-N9 BLUBVOLLUTION COMTOrg

Duvar tipi Unite

Yksek verimlilik ve konfor saglayan duvar tipi Unite

“

-25°C'ye kadar dusutk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir

Unitenin kompakt boyutlari sayesinde yenileme projeleri, 6zellikle C/”:_’S = 9
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir .
Sezonsal verimlilik degerleri: sogutma ve i1sitmada tim seri A++

Gevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi FTXTP-K
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim

~

~

~

~

i

> Bir R-32 Urlind tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre T
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve yiksek =
enerji verimliligi sayesinde dogrudan duisuk bir enerji tiketimi elde z
edebilirsiniz -
RXTP-N9 ARC480A1 BRP069B45
Verimlilik verileri FTXTP + RXTP 25K + 25N9 35K +35N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 0,80/3,20/6,20 0,80/4,00/6,70
Cekilen glig Sogutma Nom. kw 0,57 0,92
Isitma Nom. kw 0,65 0,90
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi A+ 4
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,50
SEER 7,10 7,20
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 123 170
Alan isitma (lman Enerji verimliligi sinifi A+
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,00
SCOP/A 4,98 4,81
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 703 873
Alan isitma (Soguk Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarimh kW 3,70 4,40
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 1.939 2429
SCOP/C 3,95 3,80
Nominal verimlilik EER 4,40 3,80
CcoP 4,95 4,44
Yillik enerji tiiketimi kWh 284 461
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite FTXTP 25K 35K
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 285x770x225
Agirlik Birim kg 9,0
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m>/dk 4,3/5,3/7,7/10,6 4,3/5,4/8,2/11,4
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz ¢alisma/ m*/dk 4,9/5,8/8,0/11,2 4,9/5,8/7,8/10,8
Diisiik/Orta/Yiiksek
Ses giicii seviyesi Sogutma dBA 58
Isitma dBA 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dusuk/Yiiksek dBA 21/26/43
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 21/26/43
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1
Dis linite RXTP 25N9 35N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 551x763x312
Agirlik Birim kg 38
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 48
Isitma Nom. dBA 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakligi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akigkan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 1,1/-
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,50
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri icin ayr ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayri gizime bakin | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligr: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu:
5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esdeger boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m. | Florlu sera gazlar icerir
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FVXM-F + RXTP-N9 BLUBYVOLUTION

Doseme tipi Unite _

Cift hava akisi sayesinde optimum Isitma
konforu icin ddoseme tipi Unite

> Yiksek olmamasindan dolayr (620 mm) pencere altina uyumlu

sekilde monte edilebilir

> Cevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi "%Ei%
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gzerinden kontrol To—
edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz FVXM25-35-50F

> Cok sessiz calisma: 23 dBA'ya kadar diisen ses basinci seviyesi
> Bir R-32 Urlin tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin ¢evre

Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusurebilir ve ylksek &
enerji verimliligi sayesinde dogrudan disuk bir enerji tiketimi elde
edebilirsiniz
> Sert kis kosullarin sahip bolgeler igin gelistirildi
RXTP-N9 ARC452A1 BRP069B42
Verimlilik verileri FVXM + RXTP 25F + 25N9 35F + 35N9
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 1,00/2,50/4,20 1,10/3,50/4,30
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,00/3,20/5,60 1,10/4,00/6,00
Cekilen glig Sogutma Nom. kw 0,69 1,06
Isitma Nom. kw 0,83 113
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,50
SEER 561 5,66
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 156 216
Alan isitma (Iman Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarim kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,05 4,01
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 865 1.046
Alan 1sitma (Soguk Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarimh kW 3,65 4,38
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 2315 2.877
SCOP/C 3,31 3,20
Nominal verimlilik EER 3,61 3,31
CcopP 3,86 3,54
Yillik enerji tiiketimi kWh 346 529
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A A/B
ig iinite FVXM 25F 35F
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 600x700x210
Agirlik Birim kg 14
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m*/dk 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz ¢alisma/ m?/dk 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 52
Isitma dBA 52
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Dusik/Yiiksek dBA 23/26/38 24/27/39
Isitma Sessiz calisma/Diistik/Yiiksek dBA 23/26/38 24/27/39
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Kablolu kumanda -
Dis linite RXTP 25N9 35N9
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 551x763x312
Agirlik Birim kg 38
Ses glicli seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 48
Isitma Nom. dBA 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakligi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakigi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 1,1/0,75
Boru baglantilar Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,50
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20
ilave sogutucu akiskan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari icin)
Kot farki  i0-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri icin ayr ¢izime bakin | Calisma sicaklik araligi igin ayri cizime bakin | Nominal isitma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakligr: 20°C KT, dis ortam sicakligr: 7°C KT, 6°C YT, esdeger boru uzunlugu:
5 m, kot farki: 0 m. | Nominal sogutma kapasiteleri su kosullara baglidir: i¢ ortam sicakhigi: 27°C KT, 19°C YT, dis ortam sicakligi: 35°C KT, esde@er boru uzunlugu: 5 m, kot farki: 0 m.| 240V | 230V | 220V | 50 Hz, 220-230-
240V | Florlu sera gazlari igerir
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ATXTP-K + ARXTP-N BLUEVOLUTION %ﬁ

Duvar tipi Unite

Yiksek verimlilik ve konfor saglayan duvar tipi Unite

~

-25°C'ye kadar dustk ortam sicakliklarinda isitma kapasitesi garanti
edilir

Unitenin kompakt boyutlari sayesinde yenileme projeleri, ézellikle &3
de kapi Gstd kurulumlari icin ideal bir secenektir : -
Sezonsal verimlilik degerleri: sogutma ve 1sitmada tim seri A++

Gevrimici kumanda (opsiyonel): nerede olursaniz olun i¢ Unitenizi ATXTPK
bir uygulama kullanarak, yerel ag veya internet Gizerinden kontrol

edebilir ve enerji tiketiminizi takip edebilirsiniz
Yerden tasarruf saglayan modern duvar tipi tasarim

~

~

~

~

> Bir R-32 Urlnd tercih ederek, R-410A'ya kiyasla sistemin gevre 5;
Uzerindeki olumsuz etkilerini %68 oraninda dusUrebilir ve yiksek e
enerji verimliligi sayesinde dogrudan duisuk bir enerji tiketimi elde :
edebilirsiniz -
ARXTP-N ARC466A55 BRP069B45
Verimlilik verileri ATXTP + ARXTP 25K + 25N 35K+ 35N
Sogutma kapasitesi  Min./Nom./Maks. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Isitma kapasitesi Min./Nom./Maks. kw 0,80/3,20/6,00 0,80/4,00/6,50
Cekilen gli¢ Sogutma Nom. kw 0,57 0,91
Isitma Nom. kw 0,68 0,87
Alan sogutma Enerji verimliligi sinifi A+
Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,50
SEER 6,98 7,05
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 125 174
Alanisitma (liman Enerji verimliligi sinifi A+
iklim) Kapasite Ptasarim kw 2,50 3,00
SCOP/A 4,93 4,76
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 710 883
Alan isitma (Soguk Enerji verimliligi sinifi
iklim) Kapasite Ptasarimh kw 3,70 4,40
Yillik enerji tiiketimi kWs/yil 1.955 2.455
SCOP/C 3,92 3,76
Nominal verimlilik EER 4,38 3,75
CcoP 4,90 4,39
Yillik enerji tiiketimi kWh 286 467
Enerji Etiketleme Direktifi Sogutma/Isitma A/A
ig iinite ATXTP 25K 35K
Boyutlar Birim YikseklikxGenislikxDerinlik mm 285x770x225
Agirlik Birim kg 9,0
Hava filtresi Tipi Cikartilabilir / yikanabilir
Fan Hava debisi Sogutma  Sessiz calisma/ m?/dk 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/8,2/11,4
Diistik/Orta/Yiiksek
Isitma Sessiz calisma/ m*/dk 4,9/5,8/8,0/11,2 4,9/5,8/7,8/10,8
Diistik/Orta/Yiiksek
Ses giicti seviyesi Sogutma dBA 58
Isitma dBA 58
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Sessiz calisma/Duisiik/Yiiksek dBA 21/26/43
Isitma Sessiz calisma/Disik/Yiiksek dBA 21/26/43
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRCO73A1
Gii¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Dis linite ARXTP 25N 35N
Boyutlar Birim YiikseklikxGenislikxDerinlik mm 551x763x312
Adirlik Birim kg 38
Ses glicti seviyesi Sogutma dBA 61
Isitma dBA 61
Ses basinci seviyesi  Sogutma  Nom. dBA 48
Isitma Nom. dBA 49
Calisma sicaklik araligi Sogutma  Ortam sicakhigi Min.~Maks. °CKT -10~46
Isitma Ortam sicakgi Min.~Maks. °CYT -25~18
Sogutucu akiskan Tipi R-32
GWP 675
Sarj kg/TCO2Eq 1,1/0,74
Boru baglantilan Sivi DC mm 6,35
Gaz DC mm 9,50
Boru uzunlugu DU - iU Maks. m 20
llave sogutucu akigkan sarji kg/m 0,02 (10 m'yi gegen boru uzunluklari igin)
Kot farki iU-DU Maks. m 15
Gli¢ beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akim - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -
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Secenekler - Split
BLUBWYOLUTION

iC UNITELER FTXZ-N

BRP069B*

Daikin gevrimigi kumanda

Akilli telefonlar igin WIFI adaptor

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRCTH51(9)W/S/K / BRCTH81W/S

Tam metinli arayliz ve arkadan aydinlatmali premium kablolu kumanda
BRC073A1 (9)

Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir)

BRC2E52C

Basitlestirilmis uzaktan kumanda (¢alisma modu se¢im digmesiyle)
BRC3E52C

Otel kullanimi i¢in uzaktan kumanda

BRC4C65

Uzaktan kumanda

BRCW901A03

Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m)

BRCW901A08

Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m)

KRC72A

Merkezi kumanda karti (5 odaya kadar)

i

Cevrimi
kumanda
sistemi

BRP069B42

Bireysel kumanda sistemleri

DCC601A51
Bulut baglantili merkezi kumanda (KRP928 adaptorle*)

DCS302CA51

Merkezi kumanda
DCS301BA51

Birlesik ACMA/KAPATMA kumandasi
DCS303A51

Konut tipi merkezi kumanda
DST301BA51

Program zamanlayicisi
DCM601A5A

Intelligent Touch Manager
EKMBDXA

Modbus arayuzi

RTD-RA (9)

Modbus gegidi

KLIC-DD (9)

KNX Araytizii

Merkezi kumanda sistemleri
[ ]

Bina Yonetim Sistemi
ve Standart protokol
arayiizii

BRP7A54 (7)(8)

Ara kilit icin PCB adaptori (anahtar kart, ...)

KRP1B56

Kablo adaptori

KRP413AB1S

Kablo adaptérii normalde agik kontak/normalde agik darbeli kontak ®
(saat ve diger cihazlar lokal olarak satin alinacaktir)

KRP4A54
Harici ACMA/KAPAMA adaptorii ve elektrik cihazlar takibi

KRP2A53

Elektrikli cihazlar i¢in kablo adaptori

Adaptdr PCB'leri icin montaj kutusu (anahtar kutusunda yer
olmadiginda)

KRP980A1

Kablolu kumanda arayiiz adaptori

KRP928BB2S

Dlll-net icin arayliz adaptori

DTA114A61

Coklu kullanici

KRCS01-4

Harici kablolu sicaklik senséri

KJB212AA/KJB311A

Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu / 3 bloklu)
KAF970A46

Titanyum apatit koku giderici filtre (cercevesiz)

KAF057A41

Gumus partikul filtresi (Ag iyon filtresi) (cerceveli)
KAF046A41

Cerceveli, ar kovani modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre
KAF968A42

Cerceveli, ari kovani modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre
KEK26-1A

Gurdltt filtresi (yalnizca elektromanyetik kullanim igin)
BAE20A62/102

Kendi kendini temizleyen filtre (kliglik/biiyuik)

Adaptorler

Filtreler

Uzaktan kumanda igin hirsizliga kars koruma KKF936A4
$21 konektoriiniin baglanmasi icin kablo demeti

KDT25N32/50/63
Yiiksek nem icin yalitim kiti

Digerleri

(1) Sadece KRP980AT ile birlikte kullanilabilir

(2) WLAN montaj kiti, PCB araytiz adaptoriin icerir

(3) BRCIES3A: icerdigi diller: ingilizce, Almanca, Fransizca, italyanca, ispanyolca, Hollandaca,
Yunanca, Rus¢a, Turrkce, Portekizce, Lehge

(4) BRCIE53B: ierdigi diller: Ingilizce, Almanca, Gekge, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca,
Slovakga, Sirpga, Arnavutca

(5) BRCIES3C: igerdigi diller

(6) PCB adaptorii i¢in montaj kutusu gereklidir. Saat 6lcer sahadan temin edilir ve ekipman igine
monte edilmemelidir.
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C/FTXA-
AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S = C/FTXM-N | FTXP-M(9) FTXC-B FTXF-B/A
Standart | Standart | Standart | gopgcapsc  BRpoGoB4s | BRPOG9BAS
olarak gelir | olarak gelir ' olarak gelir
° ° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° °
° ° ° ° °
°
° ° ° °
°
KKF910AA4 = KKF910AA4 KKF936A4
EKRS21

(7) PCB adaptorii icin montaj kutusu gereklidir. Bu secenekler KRP4A96 montaj levhasi gerektirir ve
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) Sadece basitlestirilmis uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mumkindur.

(9) Daikin tarafindan tedarik edilen kablo adaptéru. Saat ve diger cihazlar: lokal olarak temin
edilecektir.

(10) Standart bu i¢ tiniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kizilGtesi

kumanda ayri siparis edilecektir.
(11) Unite ile birlikte standart teslim edilir.
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FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B
Standart
BRPO69A81 = BRP069B42 ; BRP069B45 | BRP069B45 | BRP069B45
olarak gelir
°
° ° ° °
°
°
®(10)
° ° °
° ° °
°
° ° ° °
° ° ° °
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°
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° ° ° ° °
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° ° ° °
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°
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°
°
KRP1BAI101
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°
°
°
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°
°
KKF910AA4 KKF936A4
°

(1) Sadece KRP980AT ile birlikte kullanilabilir

(2) WLAN montaj kiti, PCB araytiz adaptoriin icerir

(3) BRCIES3A: icerdigi diller: ingilizce, Almanca, Fransizca, italyanca, ispanyolca, Hollandaca,
Yunanca, Rus¢a, Turrkce, Portekizce, Lehge

(4) BRCIE53B: ierdigi diller: Ingilizce, Almanca, Gekge, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca,
Slovakga, Sirpga, Arnavutca

(5) BRCIES3C: igerdigi diller

(6) PCB adaptorii i¢in montaj kutusu gereklidir. Saat 6lcer sahadan temin edilir ve ekipman igine
monte edilmemelidir.

Isitmaya optimize

FTXTA-AW | FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FVXM-F

standart | poo06oBa1 | BRPO6OBAS = BRPOGOBAS = BRPOG9BA2
olarak gelir

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ]

KKF910AA4 KKF936A4 | KKF936A4 = KKF9I10AA4
EKRS21

(7) PCB adaptorii icin montaj kutusu gereklidir. Bu secenekler KRP4A96 montaj levhasi gerektirir
ve maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) Sadece basitlestirilmis uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mumkindur.

(9) Daikin tarafindan tedarik edilen kablo adaptéru. Saat ve diger cihazlar: lokal olarak temin
edilecektir.

(10) Standart bu i¢ tiniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kizilGtesi

kumanda ayri siparis edilecektir.
(11) Unite ile birlikte standart teslim edilir.

59



P"DAIKIN

Daha azl

Multi Secim Aracini kesfedin

Daikin multi split klimalarla birlikte

Tam i¢ Uniteler icin sadece tek bir dig tinitenin kullaniimasi sayesinde: ~ Once: bire bir split Simdi: multi split

> Daha az montaj alani, daha az gorinurluk, daha dustk calisma sesi

> Daha kolay montaj, daha az kablo ve boru kullanimi ve daha distik
bakim ihtiyaci

> Daha dusuk glic tuketimi, daha yuksek verimlilikler

> Daha fazla esneklik: Stili ne olursa olsun 5 adede kadar i¢ Unite
baglayin

O
==

Daikin multi splitle konforunuzu yiikseltin!

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 - 8400 Oostende - Belgika - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende (Publisher)

EUROVENT Daikin Europe N.V,, Eurovent Sertifikal Performans programina
= CERTIFIED Fan Coil Uniteleri ve Degisken Sogutucu Akiskan sistemleri ile
PERFORMANCE katilmistir. Sertifika gegerliligini suradan kontrol edebilirsiniz:

www.eurovent-certification.com
www. eurovent-certification.com

ECPTR20-000A 08/20 Bu yayin yalnizca bilgilendirme amacgli olarak hazirlanmistir ve Daikin Europe N.V!yi baglayici bir teklif niteligi
tagimamaktadir. Daikin Europe N.V. bu yayinin icerigini sahip oldugu tim bilgiler isiginda titizlikle derlemistir. Ancak,
kitapgigin icerigi ve bu kitapgikta adi gegen Griin ve hizmetlerin eksiksizligi, dogrulugu, gtvenirligi veya belirli bir
amaca uygunluguna iliskin dogrudan veya dolayli olarak hicbir garanti verilmez. Ozellikler énceden bildirimde
bulunulmaksizin degistirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayinin kullanimiyla ve/veya yorumlanmasiyla baglantili olarak

en genis anlamda hicbir dogrudan veya dolayli hasar veya zarardan dolayi sorumluluk kabul etmeyecektir. Tam
< € icerigin telif hakki Daikin Europe N.V!ye aittir.

Klorinsiz kagida basilmistir.
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