
Informaţii pentru utilizatorii finali

Unităţi de 
perete

Soluţia pentru confort şi eficienţă
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De ce să alegi o unitate de perete Daikin?

Sistemele split Daikin sunt uşor de instalat şi au un 
design special. Acestea pot fi amplasate subtil în partea 
de sus a peretelui, fără a influenţa decorul interior. 
Indiferent de dimensiunea camerelor, avem unităţi de 
diferite capacităţi care îţi oferă climatul dorit, în funcţie 
de bugetul disponibil. Astfel, sistemele Daikin asigură 
eficienţă ridicată şi un bun raport calitate/preţ

Ce este o pompă de căldură aer-aer?

Pompele de căldură extrag căldura din aerul exterior, 
chiar şi în cele mai reci zile de iarnă. Acestea utilizează 
compresoare electrice şi sunt extrem de eficiente 
pentru încălzirea unui apartament sau a unei locuinţe. 
Pompele de căldură Daikin sunt silenţioase şi discrete 
şi utilizează cele mai avansate tehnologii pentru a-ţi 
menţine valoarea facturilor la un nivel cât mai scăzut. 
Graţie pompei de căldură de căldură Daikin, 80% din 
energia utilizată pentru încălzirea locuinţei este extrasă 
din aerul exterior, o resursă gratuită şi regenerabilă. 
În modul răcire, sistemul inversează funcţionarea, 
extrăgând căldura din aerul interior.

O cameră sau mai multe, alegerea îţi aparţine

Prin alegerea unei unităţi exterioare de perete multi, 
puteţi conecta până la nouă unităţi interioare la o 
singură unitate exterioară pentru a crea climatul 
perfect în toată locuinţa. Toate unităţile interioare 
pot fi controlate individual şi nu necesită instalare în 
aceeaşi cameră sau în acelaşi timp.

Economiseşti spaţiu cu o unitate exterioară 
multi

La o unitate exterioară multi, poţi conecta până la 
nouă unităţi interioare, economisind spaţiu preţios, 
fiind suficientă o singură unitate pentru toate cerinţele 
de răcire şi încălzire.

De ce să alegi 
Daikin?
Daikin este liderul mondial în domeniul soluţiilor de încălzire şi aer condiţionat. Datorită inovării continue în 
creşterea nivelurilor de confort, eficienţă energetică, control şi fiabilitate, noi definim reperele de calitate din 
industrie.

aplicaţie multiaplicaţie pereche

 Confort
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Începând din 2025, regulamentul european privind 
gazele fluorurate interzice utilizarea de agenţi frigorifici 
cu un GWP mai mic de 750 în cadrul aparatelor de 
aer condiţionat split pereche, cu o cantitate de agent 
frigorific mai mică de 3 kg. R-410A (GWP 2087,5) va fi 
în continuare disponibil pentru alte aplicaţii şi pentru 
lucrări de service.

Daikin a introdus în premieră R-32 în 2012. Datorită 
unui GWP scăzut de 675, eficienţei energetice 
competitive, siguranţei şi rentabilităţii, acest agent este 
foarte atractiv. Începând din 2016, Daikin oferă gama 
unică Bluevolution de unităţi pereche şi multi, care 
stabileşte din nou reperul pentru condiţionarea aerului 
în aplicaţii rezidenţiale. Un design nou şi inteligent 
combină valorile de top ale eficienţei cu funcţii de 
confort superior.

Un prieten vechi care nu face probleme

Utilizarea lui R-32 nu este o noutate, deoarece 
R-410A este un amestec din 50% R-32 şi 50% R-125. 
Printre beneficiile suplimentare ale utilizării agentului 
frigorific monocomponent R-32 se numără prevenirea 
problemelor de fracţionare şi scurgere şi reîncărcarea şi 
reciclarea mai uşoare.

Manipulare uşoară: cu presiuni de lucru similare cu cele 
ale agentului R-410A, posibilitatea de încărcare atât în 
stare lichidă, cât şi gazoasă, precum şi disponibilitatea 
sculelor adecvate atât pentru echipamente cu R-32, 
cât şi cu R-410A, decizia de a alege gama Daikin 
Bluevolution este uşor de luat.

Devansând prezentul

 Eficienţă energetică
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Control permanent, 
oriunde v-aţi afla
Aplicaţia Daikin Online Controller poate controla şi monitoriza starea sistemului de 
încălzire sau până la 50 de unităţi split de aer condiţionat şi îţi permite să: 

Monitorizezi: 
 › Starea aparatului de aer condiţionat sau a sistemului de încălzire
 › Consulţi grafice cu consumul de energie 

Controlezi: 
 › Modul de funcţionare, temperatura setată, viteza ventilatorului şi modul putere, 
direcţia jetului de aer şi funcţia de filtrare (streamer) 

 › Controlezi de la distanţă sistemul și apa caldă menajeră
 › Control al zonelor: controlezi mai multe unităţi în acelaşi timp  
(numai unităţi split şi Daikin Altherma bizonale integrate)

Programezi: 
 › Programezi temperatura setată şi modul de operare 
cu până la 6 acţiuni pe zi timp de 7 zile 

 › Activezi modul vacanţă 
 › Vizualizezi într-un mod intuitiv
 › Integrare de produse şi servicii terţe prin IFTTT
 › Control al solicitării/limitare a consumului de energie 
(numai split)

 Control
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Control

Reglează temperatura, 
modul de operare, 

purificarea aerului şi 
ventilatoarele

Programezi temperatura 
setată, modul de 

funcţionare şi viteza 
ventilatorului

Monitorizezi consumul 
de energie, pentru a 

creşte economiile, setezi 
programul de vacanţă

Acest ecran include o 
prezentare a întregii 

locuinţe

Programare Monitorizare Identificare

Aplicaţie cu un aspect intuitiv 

IFTTT

Programezi unitatea pentru a vă reflecta propriul stil de viaţă. Utilizând platforma IFTTT pentru a 
vă conecta la diferite aparate electrocasnice, puteţi controla toate elementele unei locuinţe de la 
distanţă. De exemplu: Dacă pleci de acasă, atunci încălzirea se va opri. 

IFTTT: propriul flux de lucru

IFTTT este o soluţie care conectează produse şi servicii terţe compatibile (contoare inteligente, 
iluminat, termostate etc.) pentru a funcţiona cel mai bine pentru tine.

În cadrul IFTTT, se pot efectua două operaţii:

 › DO: se execută o acţiune ( de ex.: pornire/oprire)
 › IFTTT este acronimul de la If This Then That (dacă..., atunci...). Soluţia îţi permite să automatizezi 
acţiuni (atunci...) în funcţie de anumite elemente declanşatoare (dacă...).

Exemplu

DACĂ ieşi dintr-un spaţiu, ATUNCI încălzirea se va opri.   

Elementul declanşator este locaţia, determinată de smartphone.  
Dacă ieşi dintr-un astfel de spaţiu, precum locuinţa, de exemplu, încălzirea se va opri automat.
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Crearea climatului interior perfect înseamnă mult mai mult decât achiziţia şi instalarea unui produs. Este 
vorba, de asemenea, despre obţinerea confortului, eficienţei energetice, fiabilităţii şi controlului pe tot 
parcursul anului. La Daikin, oferim o selecţie de servicii de asistenţă tehnică şi întreţinere pentru a vă 
garanta funcţionarea la performanţă optimă a produsului pe întreaga durată de utilizare.

Service Daikin

 Fiabilitate

O instalaţie optimă la un cost minim

Cu ajutorul serviciilor de asistenţă tehnică, o instalaţie 
bine întreţinută atinge:

  O eficienţă energetică ridicată

  Un ciclu de viaţă mai lung

  Respectarea celor mai recente cerinţe legale şi de 
reglementare

Furnizor şi prestator de servicii

De la selectarea soluţiei corecte de climatizare la 
pornirea, monitorizarea şi întreţinerea acesteia, Daikin 
este pregătită să vă ajute în fiecare etapă a procesului. 
Chiar dacă nu aveţi o instalaţie Daikin, puteţi beneficia 
de serviciile Daikin furnizate de echipa de asistenţă 
şi de echipa de specialişti calificaţi şi de ingineri de 
service.

Ce oferim

  Funcţionare, întreţinere şi reparaţii 
Împreună cu partenerii de service, oferim o gamă de planuri de service pentru 
supravegherea, gestionarea şi monitorizarea instalaţiei dvs.

  Modernizări şi optimizări 
Pentru a creşte performanţa şi a extinde durata de viaţă a sistemului, am 
dezvoltat o varietate de modernizări

  Serviciul de punere în funcţiune Daikin 
De la pornire, testare şi până la reglajele finale, reprezentanţii de service Daikin 
vă oferă asistenţă pentru fiecare etapă a procesului de instalare. Practicile 
noastre eficace şi eficiente ajută toţi instalatorii să garanteze continuarea 
funcţionării instalaţiei Daikin la performanţă de vârf

  Biroul de asistenţă tehnică şi echipa de asistenţă pentru proiecte Daikin 
Indiferent dacă este vorba de alegerea soluţiei corecte pentru aplicaţia dvs. sau 
de integrare a sistemelor noastre HVAC-R în sistemul dvs. de management al 
clădirii, specialiştii şi inginerii noştri experimentaţi sunt pregătiţi să vă ajute

  Politica de garanţie Daikin 
Daikin are o politică de garanţie transparentă şi cuprinzătoare. În anumite 
contracte puteţi obţine, pe lângă garanţia din fabrică aplicabilă pieselor şi 
garanţie pentru manoperă

  Componente în care puteţi avea încredere 
Toate componentele unei soluţii Daikin sunt de calitate ridicată. Acest lucru 
înseamnă că, dacă o componentă este înlocuită de un instalator Daikin, puteţi fi 
sigur că instalaţia îşi va păstra eficienţa şi performanţa de vârf.
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 Prelungirea gratuită  
 a garanţiei 
Primul avantaj al programului Stand By Me 
este prelungirea gratuită a garanţiei:  

 se aplică atât pentru manoperă, cât şi 
pentru piese 

 începe imediat după înregistrare

 Garanţie extinsă  
 pentru piese 
 

Pentru o taxă mică, clienţii îşi pot extinde 
garanţia pentru piese specifice. Stand By Me 
garantează: 

 înlocuirea rapidă a fiecărei componente  

 evitarea surprizelor financiare 

 durata lungă de utilizare şi funcţionare fără 
probleme, precum şi celelalte beneficii ale 
unei instalaţii Daikin 

 service fiabil oferit de partenerii de service 
autorizaţi Daikin 

Partenerii de service Daikin lucrează exclusiv cu 
piese Daikin şi deţin toate cunoştinţele tehnice 
necesare pentru a remedia orice problemă apărută 

 Urmărire rapidă realizată de  
 partenerii de service Daikin

Partenerii de service Daikin sunt notificaţi 
automat în momentul în care un client îşi 
înregistrează instalaţia pe www.standbyme.
daikin.eu şi necesită întreţinere.  
 
Clientul dvs. beneficiază garantat de: 

 service rapid şi fiabil 

 gestionarea tuturor informaţiilor privind 
instalaţia lor, precum documentele 
de înregistrare, înregistrările vizitelor, 
înregistrările de întreţinere etc.  

 accesul imediat la informaţiile corecte 
contribuie la un service prefect

GRATUIT

Cu noua dvs. instalaţie Daikin şi programul de service Stand By Me, puteţi fi sigur că beneficiaţi de cel 
mai bun confort, de cea mai bună eficienţă energetică, de cea mai bună utilizabilitate şi de cele mai bune 
servicii disponibile pe piaţă. 

Stand By Me,  
climatul meu de securitate

Înregistraţi-vă  
unitatea Daikin:  
www.standbyme.daikin.eu
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Ururu Sarara  

Cea mai bună alegere 
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5 tehnici de tratare a aerului

1  Încălzire şi răcire într-o singură unitate, pentru 
confort pe tot parcursul anului, la cea mai bună 
clasificare energetică

2  Iarna, funcţia Ururu umidifică aerul pentru a menţine 
confort fără încălzire inutilă

3  Vara, funcţia Sarara îndepărtează umezeala în exces, 
menţinând în acelaşi timp o temperatură uniformă şi 
eliminând nevoia de răcire suplimentară

4  Ventilare pentru aer proaspăt chiar şi cu geamurile 
închise

5  Purificarea aerului şi curăţare automată a filtrului, 
pentru un aer permanent purificat şi fără alergeni.

Daikin Ururu Sarara aduce un nou nivel al controlului 
sofisticat în domeniul aerului condiţionat. Aceasta are 
cinci tehnici de tratare a aerului care, împreună, oferă 
o soluţie completă pentru confort. În plus, gama Ururu 
Sarara are valori SEER şi SCOP aferente clasei A+++ 
datorită compresorului şi schimbătorului de căldură 
eficiente din punct de vedere energetic. Datorită 
tehnologiei inovatoare şi designului său, unitatea a 
câştigat în 2013 prestigiosul premiu de design Red Dot.

A+++

Prefiltru: captează praful

Flash Streamer: eliberează fluxuri de 

electroni de mare viteză cu putere 

mare de oxidare

Filtrul de dezodorizare: mirosurile sunt 

absorbite şi distruse înainte ca aerul să fie 

reintrodus în cameră.

De ce să alegi Ururu Sarara?

Umidificare
Dezumidificare

Ventilare şi priză  
de aer proaspăt

Purificarea aeruluiÎncălzire/răcire
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Stylish  

unde inovaţia întâlneşte creativitatea 

Cei mai mulţi clienţi caută un sistem de aer condiţionat cu cea mai bună performanţă şi cel mai bun design.  
Cu Stylish, Daikin combină funcţia şi estetica pentru a crea un produs inovator, care se integrează în orice interior. 
 

De ce să alegeţi Stylish? 
Stylish reuneşte un design şi o tehnologie excelente 
pentru a furniza o soluţie de climatizare completă 
pentru orice interior. Măsurând numai 189 mm, 
Stylish este cea mai subţire unitate de pe piaţă din 
segmentul de unităţi de perete elegante şi utilizează 
funcţii inovatoare pentru a obţine cele mai bune 
niveluri ale confortului, eficienţei energetice, fiabilităţii 
şi controlului.  
 

Disponibilă în 3 culori 
 › Utilizatorii pot alege între trei culori distincte  
(alb, argintiu şi negru) 

 › Colţurile curbate creează un design discret, care 
economiseşte spaţiul 

 › Dimensiunile subţiri fac din aceasta unitatea cu cel 
mai compact design de pe piaţă

 › Calitate perfectă a aerului interior: tehnologia 
Flash Streamer captează virusurile şi alergenii, 
lăsându-vă un mediu interior mai curat

 › Design premiat: Stylish a câştigat premiile 
Good Design şi iF pentru aspectul său inovator şi 
capabilităţile sale funcţionale

Alb: FTXA-AW Argintiu: FTXA-AS Negru: FTXA-AT

A+++
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Dispersia sunetului şi reducerea zgomotului sunt 
rezultatele reproiectării ventilatorului. 

Funcţionare silenţioasă 
Stylish utilizează un ventilator reproiectat, care optimizează fluxul de aer, pentru o eficienţă 
energetică ridicată la niveluri scăzute ale zgomotului. 

Pentru a obţine o eficienţă energetică mai ridicată, Daikin a proiectat un nou ventilator care 
funcţionează eficient în dimensiunile compacte ale Stylish. Împreună, ventilatorul şi schimbătorul 
de căldură ating o performanţă energetică superioară, dar funcţionează la un nivel al zgomotului 
practic insesizabil pentru ocupanţi.

Daikin Online Controller
Puteţi controla unitatea Stylish şi de pe smartphone. Conectaţi-vă pur şi simplu la 
Wi-Fi şi descărcaţi aplicaţia Daikin Online Controller pentru a începe să vă creaţi 
climatul perfect. 

Beneficiile dvs. 
 › Accesaţi mai multe funcţii pentru a controla climatul din cameră. 
 › Gestionaţi temperatura, modul de funcţionare, purificarea aerului şi ventilatoarele 
cu termostatul interactiv 

 › Creaţi diferite programe şi moduri de funcţionare 
 › Monitorizaţi consumul de energie 
 › Compatibil cu aplicaţia If This Then That (IFTTT)

Senzor termic inteligent
Stylish utilizează un senzor termic inteligent, care detectează temperatura suprafeţei unei camere 
pentru a crea un climat mai confortabil.

După determinarea temperaturii curente a camerei, senzorul termic inteligent distribuie aerul 
uniform în cameră înainte de a trece la un model al fluxului de aer, care să direcţioneze aerul cald 
sau rece în zonele în care este nevoie de acesta. Senzorul termic inteligent măsoară temperatura 

suprafeţei camerei, împărţind-o în 64 pătrate 
distincte. 

Efectul Coandă 
Deja prezent în unităţile Ururu Sarara, efectul Coandă optimizează fluxul de aer 
pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, un flux de 
aer mai bine direcţionat permite o distribuţie îmbunătăţită a temperaturii în întreaga 
cameră.

Cum funcţionează? 

Stylish determină modelul fluxului de aer în funcţie de solicitarea de încălzire sau 
răcire a camerei. Când Stylish este în modul încălzire, două fante direcţionează aerul 
în jos (flux de aer vertical), iar în modul răcire, fantele vor deplasa aerul în sus (flux de 
aer spre tavan).
Prin crearea a două modele diferite ale fluxului de aer, Stylish previne curenţii de aer 
şi oferă o temperatură mai stabilă şi mai confortabilă pentru ocupanţii camerei. 
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Daikin Emura este rezultatul unei cercetări care a 
urmărit crearea de soluţii superioare de aer condiţionat 
pentru interioarele europene. Funcţiile suplimentare 
ale noii generaţii o transformă într-o soluţie mai 
potrivită. O demonstrează premiile obţinute de 
Daikin Emura: prestigiosul premiu reddot design 2014, 
German Design Award - menţiunea specială 2015, 
Focus Open 2014 Silver, Good Design Award 2014 şi 
premiul iF design 2015.

 › Design superior cu două finisaje moderne, în argintiu 
şi antracit sau în alb mat pur

 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la A+++
 › Eliminarea alergenilor cu argint şi filtru de purificare 
aer: reţine alergenii, precum polenul 

 › Niveluri silenţioase de zgomot până la 19 dB
 › Controlaţi şi urmăriţi consumul de energie utilizând 
aplicaţia pentru smartphone sau telecomanda uşor 
de utilizat

De ce să alegi Daikin Emura

A+++

Daikin Emura
Formă. Funcţie. Redefinite.
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emura
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Bucură-te de un confort superior

Această unitate este un exemplu al viziunii Daikin 
pentru viitorul aerului condiţionat. Caracterizată 
de un design european, unitatea impresionează 
cu valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa 
A+ + + fără a compromite confortul. Excepţionalul 
Daikin Flash Streamer garantează o purificare 
superioară a aerului. Utilizând aplicaţia Online 
Controller, deţii controlul indiferent unde te afli.  

 
 
De asemenea, afişează consumul de energie pentru 
toate produsele R-32. Fluxul de aer 3D şi senzorul de 
detectare a mişcării în 2 zone creează un flux de aer 
perfect şi neinvaziv. Toate acestea sunt însoţite de 
funcţionarea silenţioasă. Întreaga serie a gamei este o 
alegere ideală pentru cele mai multe aplicaţii. Bucură-
te de o locuinţă confortabilă - fără compromisuri.

Daikin flash Streamer face aerul de trei ori mai curat,  
mai sănătos şi mai proaspăt

Această unitate de încălzire şi răcire multifuncţională 
purifică aerul pe tot parcursul anului. Utilizând 
electroni pentru a declanşa reacţii chimice cu 
moleculele de aer, tehnologia Flash Streamer 
capturează virusurile şi alergenii, asigurându-vă un 
mediu interior mai curat.

A+++

Perfera
Viziunea unei stări de bine în viitor



15

Virus,  
înainte şi după iradiere

Alergeni fungici,  
înainte şi după iradiere

Alergen pe bază de polen,  
înainte şi după iradiere

Virusurile şi alergenii au fost aşezate pe electrodul 
unităţii de descărcare a fascicolului de iradiere şi au 
fost fotografiaţi prin intermediul unui microscop de 
electroni, după iradiere.

(Entitate de testare: Yamagata University şi 
Wakayama Medical University)

Tehnologia 
Flash Streamer
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Soluţie completă de climatizare cu 
(dez)umidificare, purificare a aerului şi ventilare cu 
eficienţe de vârf în încălzire şi răcire.
 › Detalii la pagina 22

Unde inovaţia întâlneşte creativitatea
Detalii la pagina 22

Cel mai bun design, furnizând eficienţă şi confort superioare.
 › Detalii despre gama Bluevolution la pagina 22

 › Detalii despre gama standard la pagina 24

 › Detalii despre modelele optimizate pentru încălzire la pagina 29

Design discret, modern pentru eficienţă 
şi confort optime graţie senzorului de 
detectare a mişcării în 2 zone.
 › Detalii despre gama Bluevolution la pagina 22

 › Detalii despre gama standard la pagina 24

 › Detalii despre modelele optimizate pentru încălzire la pagina 29

3
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Unitate de perete pentru consum redus de 
energie şi confort plăcut
 › Detalii la pagina 25

Unitate de perete pentru consum redus de 
energie şi confort plăcut
 › Detalii despre gama Bluevolution la pagina 23

 › Detalii despre modelul standard la pagina 25

Unităţi Siesta montate pe perete, care oferă 
un bun raport calitate-preţ şi asigură o 
aprovizionare constantă cu aer curat.
 › Detalii despre modelul Siesta la pagina 30

Unitate de perete discretă care oferă eficienţă 
şi confort de vârf.
 › Detalii despre gama Bluevolution la pagina 23

 › Detalii despre modelul standard la pagina 24

 › Detalii despre modelele optimizate pentru încălzire la pagina 29
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 Confort
Unităţile Daikin urmăresc crearea climatului perfect. Pentru a 
garanta un echilibru perfect în modul confort, aerul de răcire 
este direcţionat în sus pentru a evita formarea curenţilor de 
aer rece, iar în modul încălzire, aerul cald este direcţionat în 
jos, pentru a dispersa aerul rece de la nivelul pardoselii. Dacă 
temperatura din cameră este prea ridicată sau prea scăzută, 
„modul putere” va regla rapid temperatura până când se va 
atinge temperatura potrivită în cameră. 

Silenţiozitate excepţională

Unităţile zgomotoase reprezintă lucruri din trecut. Sistemele 
Daikin aproape nu pot fi auzite. Bucuraţi-vă de bunăstare pe 
tot parcursul anului fără zgomote care să vă distragă. 

Daikin flash Streamer face aerul de trei ori mai 
curat, mai sănătos şi mai proaspăt

Unităţile Ururu Sarara, Stylish şi Perfera de la Daikin sunt 
unităţi de încălzire şi răcire integrate, care purifică aerul pe 
tot parcursul anului. Utilizând electroni pentru a declanşa 
reacţii chimice cu moleculele de aer, tehnologia Flash 
Streamer distruge virusurile, lăsându-vă aerul perfect, fără 
alergeni. 

Refulare

Funcţia de refulare 3D combină baleierea automată pe 
verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald sau 
rece, chiar şi în colţurile spaţiilor foarte mari. Viteza automată 
a ventilatorului garantează funcţionarea la viteza adecvată 
pentru atingerea sau menţinerea temperaturii setate.

Filtru

Pentru sănătatea ta, aerul pe care îl respiraţi trebuie să nu 
conţină praf, bacterii sau alte particule dăunătoare. Filtrul 
de dezodorizare din apatit de titan de la Daikin elimină 
particulele de praf din aer şi descompune mirosurile de 
tutun şi animale de companie, de exemplu. De asemenea, 
captând şi dezactivând substanţele chimice organice 
dăunătoare precum bacteriile, viruşii şi alergenii.

 Eficienţă energetică
Crearea unui climat cu aer proaspăt la domiciliu înseamnă 
mai mult decât confort pur. Sistemele Daikin au preţuri 
accesibile şi totodată prietenoase cu mediul înconjurător. 
Agentul frigorific de ultimă generaţie R-32 şi compresoarele 
optimizate vă asigură că rămâneţi în zona dvs. de confort.  

Eficienţa sezonieră pentru încălzire şi răcire

Gama de tehnologii avansate de economisire a energiei de 
la Daikin oferă performanţe sezoniere ridicate în ceea ce 
priveşte încălzirea şi răcirea până la A+++, iar compresoarele 
noastre swing reproiectate sunt mai eficiente. Eficienţa 
sezonieră este un nou mod de a clasifica produsele de 
încălzire/răcire pe baza eficienţei lor energetice pe parcursul 
unui an întreg.

R-32: mai eficient, mai bun pentru mediu

Daikin utilizează agentul frigorific R-32, o unitate care 
emite mai puţine emisii de CO2. Acest lucru înseamnă că 
respectivele unităţi au un potenţial redus de încălzire globală 
şi sunt mai eficiente per ansamblu.

 Control
Unităţile de perete Daikin sunt prevăzute cu o telecomandă 
fără fir, ca dotare standard. Online Controller îţi garantează 
controlul indiferent unde te afli. Poţi controla unităţile 
interioare printr-o aplicaţie (disponibilă pentru iOS şi 
Android). Programatorul săptămânal poate fi setat să 
pornească funcţionarea oricând, în fiecare zi sau săptămână.

 Service
 
Cu noua dvs. instalaţie Daikin şi programul de service Stand 
By Me, puteţi fi sigur că beneficiaţi de cel mai bun confort, 
de cea mai bună eficienţă energetică, de cea mai bună 
utilizabilitate şi de cele mai bune servicii disponibile pe piaţă. 

Avantajele Stand By Me:
 › Prelungirea gratuită a garanţiei atât pentru manoperă, cât 
şi pentru piese.

 › Partenerii de service Daikin sunt notificaţi automat în 
momentul în care un client îşi înregistrează instalaţia pe 
www.standbyme.daikin.eu şi necesită întreţinere. 

 › Garanţie extinsă pentru piese

Înregistraţi-vă unitatea Daikin:  
www.standbyme.daikin.eu

Unităţile montate pe perete Daikin 
vă oferă toate tipurile de avantaje în mai multe zone.

Modul confort

Refulare 3D

Modul putere

Ventilator auto

Filtru din apatit de 

titan dezodorizant

Online Controller

Modul econo

Senzor de 

detectare a 

mişcării în 2 zone

Funcţionare 

garantată până la 

-25 °C

Funcţionare 

silenţioasă
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CONTROLER ONLINE, 
BRP069A

UNITATE MONTATĂ  
PE PERETE, FTXM-M

UNITATE URURU SARARA 
MONTATĂ PE PERETE, 

FTXZ-N

UNITATE STYLISH MONTATĂ 
PE PERETE, FTXA-A

UNITATE EMURA DAIKIN 
MONTATĂ PE PERETE, FTXJ-MW
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Avantajele unităţilor 
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Încălzire optimizată

 
Încălzire optimizată

De perete
Unitate 

necarcasată 
de plafon fals

De 
pardoseală

  
Siesta de perete

De perete
  

Siesta de 
perete

De perete De perete De pardoseală
Unitate 
de tip 
Flexi

Unitate 
necarcasată 

de plafon 
fals

Siesta  Montată pe perete De perete De pardoseală

FTXZ-N C/FTXA-
AW/S/T FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-L FTXF-A FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-L ATXC-A FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Modul econo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Senzor de detectare a 
mişcării în 2 zone

• • • • • • 
Clasa 35, 

42, 50
•

Clasa 35, 50 • •

3
Senzor de detectare a 
mişcării în 3 zone

•

Senzor de mişcare • • • •
Clasa 20, 25 • • •

Clasa 20, 25

Economie de energie pe 
perioadele de repaus operaţional

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Funcţionarea „la 
plecarea de acasă”

• • • •

Modul de noapte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Numai ventilator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtru cu autocurăţare • •* 

Modul confort • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modul putere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comutarea automată 
răcire-încălzire

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Funcţia foarte silenţios 
(până la 19 dBA)

• • • • • • • • • • • • •

Aproape imperceptibilă • • •

Căldură radiantă • •
Funcţionare silenţioasă 
a unităţii interioare

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mod confortabil în 
timpul somnului

• • • • • • •
Funcţionare silenţioasă 
a unităţii exterioare

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logică de şemineu •

Refulare 3-D a aerului • • • • • • • •
Clasa 35, 

42, 50
• • •

Clasa 35, 50 • •
Baleiere automată pe 
verticală

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Baleiere automată pe 
orizontală

• • • • • • • •
Clasa 35, 

42, 50
• • •

Clasa 35, 50 • •
Viteză automată a 
ventilatorului

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trepte de viteză ale 
ventilatorului 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

Senzor termic inteligent •

Efectul Coandă •
(numai răcire)

•
(răcire şi 
încălzire)

Ururu - umidificare •

Sarara - dezumidificare •

Programul uscare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • •
Filtru din apatit de titan 
dezodorizant

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtru de aer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Online Controller •* • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Programator 
săptămânal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Programator pentru 24 
de ore

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Telecomandă cu 
infraroşu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Telecomandă cu fir •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Telecomandă 
centralizată

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pictogramă multizonare •

Repornire automată • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autodiagnosticare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aplicaţii multimodel • • • •
Clasa 20, 

25, 35
• • • •

Clasa 20, 
25, 35

• • • • •
Clasa 20, 

25, 35

•
Clasa 20, 

25, 35
• • • • • •

Clasa 20, 
25, 35

•
Clasa 20, 

25, 35
• • •

VRV pentru aplicaţii 
rezidenţiale

• • • • • • • • • • •

-25°
Funcţionare garantată 
până la -25 °C

• • • • • • • •

* disponibil ca dotare opţională
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Încălzire optimizată

 
Încălzire optimizată

De perete
Unitate 

necarcasată 
de plafon fals

De 
pardoseală

  
Siesta de perete

De perete
  

Siesta de 
perete

De perete De perete De pardoseală
Unitate 
de tip 
Flexi

Unitate 
necarcasată 

de plafon 
fals

Siesta  Montată pe perete De perete De pardoseală

FTXZ-N C/FTXA-
AW/S/T FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-L FTXF-A FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-L ATXC-A FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Modul econo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Senzor de detectare a 
mişcării în 2 zone

• • • • • • 
Clasa 35, 

42, 50
•

Clasa 35, 50 • •

3
Senzor de detectare a 
mişcării în 3 zone

•

Senzor de mişcare • • • •
Clasa 20, 25 • • •

Clasa 20, 25

Economie de energie pe 
perioadele de repaus operaţional

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Funcţionarea „la 
plecarea de acasă”

• • • •

Modul de noapte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Numai ventilator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtru cu autocurăţare • •* 

Modul confort • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modul putere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comutarea automată 
răcire-încălzire

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Funcţia foarte silenţios 
(până la 19 dBA)

• • • • • • • • • • • • •

Aproape imperceptibilă • • •

Căldură radiantă • •
Funcţionare silenţioasă 
a unităţii interioare

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mod confortabil în 
timpul somnului

• • • • • • •
Funcţionare silenţioasă 
a unităţii exterioare

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logică de şemineu •

Refulare 3-D a aerului • • • • • • • •
Clasa 35, 

42, 50
• • •

Clasa 35, 50 • •
Baleiere automată pe 
verticală

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Baleiere automată pe 
orizontală

• • • • • • • •
Clasa 35, 

42, 50
• • •

Clasa 35, 50 • •
Viteză automată a 
ventilatorului

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trepte de viteză ale 
ventilatorului 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

Senzor termic inteligent •

Efectul Coandă •
(numai răcire)

•
(răcire şi 
încălzire)

Ururu - umidificare •

Sarara - dezumidificare •

Programul uscare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • •
Filtru din apatit de titan 
dezodorizant

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtru de aer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Online Controller •* • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Programator 
săptămânal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Programator pentru 24 
de ore

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Telecomandă cu 
infraroşu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Telecomandă cu fir •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Telecomandă 
centralizată

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pictogramă multizonare •

Repornire automată • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autodiagnosticare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aplicaţii multimodel • • • •
Clasa 20, 

25, 35
• • • •

Clasa 20, 
25, 35

• • • • •
Clasa 20, 

25, 35

•
Clasa 20, 

25, 35
• • • • • •

Clasa 20, 
25, 35

•
Clasa 20, 

25, 35
• • •

VRV pentru aplicaţii 
rezidenţiale

• • • • • • • • • • •

-25°
Funcţionare garantată 
până la -25 °C

• • • • • • • •
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Gama

FTXZ-N + RXZ-N

C/FTXM-M + RXM-M(9)

FTXJ-MW/S + RXJ-M

FTXA-AW/S/T + RXA-A

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++/A+++
2,50/3,50 9,54 5,90 92/831

295x798x372
19/26/33/38 19/28/35/39 54/56 59/59

R-32/675 1,34/0,9FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50/4,50 9,00 5,73 136/1.100 19/27/35/42 19/29/36/42 57/57 61/61
FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427 23/30/38/47 24/31/38/44 60/59 63/64

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTXM20M2V1B / RXM20M3V1B9 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50

A+++/A+++
2,00/2,30 8,53

5,10
83/632

294x811x272
19/25/33/41

20/26/34/39
57 /54 59/59

R-32/675,0 0,76/0,52FTXM25M2V1B / RXM25M3V1B9 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,40 8,52 103/659 20/27/34/39
FTXM35M2V1B / RXM35M3V1B9 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,51 140/686 19/29/33/45 20/28/35/39 60 /54 61/61
FTXM42M2V1B / RXM42M3V1B9 1,70/4,20/5,00 1,70/5,40/6,00

A++/A++
4,20/4,00 7,50

4,60
196/1.216 21/30/39/45 21/29/39/45 60 /60 

62/62
R-32/675

1,30/0,88
FTXM50M2V1B / RXM50M3V1B9 1,70/5,00/5,30 1,70/5,80/6,50 5,00/4,60 7,33 239/1.400

300x1.040x295
32/36/40/44 31/34/39/43 59 /58 1,40/0,95

FTXM60M2V1B / RXM60M3V1B9 1,90/6,00/6,70 1,70/7,00/8,00 A++/A+ 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.496 34/37/42/46 33/36/41/45 60/59 63/63 1,45/0,98
FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B 2,30/7,10/8,50 2,30/8,20/10,20 A++ /A 7,10/6,20  6,11 3,81  407/2.276 35/38/43/47 34/37/42/46 60 /61 66 /67 R-32/675,0 1,15/0,78

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom.
(kW)

Nom.
(kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B 2,3 2,5

A+++/A++
2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

303x998x212

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 

R-32/675

0,72/0,5FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64
4,60

97/822 19/28/41
FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 

63 /63 
FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9
FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B 2,3 2,5

A+++/A++
2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 
0,72/0,5FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64

4,60
97/822 19/28/41

FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 
63 /63 

FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom.
(kW)

Nom.
(kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
CTXA15AW/S/T numai multiconectare 295x798x189 21/25/39 21/25/39 57 numai multiconectare
FTXA20AW/S/T/ RXA20A2V1B 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50 A+++/A+++ 2,00/2,40 8,75 5,15 80/653 19/25/39 19/25/39 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52
FTXA25AW/S/T/ RXA25A2V1B 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,45 8,74 5,15 101/666 19/25/40 19/25/40
FTXA35AW/S/T / RXA35A2V1B 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,73 5,15 137/680 19/25/41 19/25/41 60 61/61
FTXA42AW/S/T / RXA42A2V1B 1,7/4,2/5,0 1,70/5,40/6,00 A++/A++ 4,20/3,80 7,50 4,60 196/1.150 21/29/45 21/29/45 62/62 1,30/0,88
FTXA50AW/S/T / RXA50A2V1B 1,7/5,0/5,3 1,70/5,80/6,50 5,00/4,00 7,33 4,60 239/1.217 24/31/46 24/33/46
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Aplicaţii multimodel

FTXP-L + RXP-L

FTXC-A + RXC-A

FTXF-A + RXF-A

UNITĂŢI INTERIOARE 
CONECTABILE

De perete

CTXA-AW/S/T FTXA-AW/S/T CTXM-M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/scăzut/ridicat/
super-ridicat (dBA)

FTXC25AV1B / RXC25AV1B 2,56 2,84

A++/A+

2,56/2,41 6,14
4,00

146/773
288x859x209

21/29/40/41 53 58 /-

R-32/675

0,60/0,41
FTXC35AV1B / RXC35AV1B 3,37 3,58 3,37/2,19 6,11 193/768 22/30/41/42 54 60 /- 0,80/0,54
FTXC50AV1B / RXC50AV1B 5,48 5,62 5,48/3,57 6,79 4,30 283/1.163

310x1.124x237
32/35/40/44 55 64 /- 1,10/0,74

FTXC60AV1B / RXC60AV1B 6,23 6,40 6,24/4,16 6,21 4,21 352/1.385 33/37/43/46 61 65 /- 1,20/0,81

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50

A++/A+

2,00/2,20 6,15/4,10 114/751 83/632
286x770x225

20/25/39 21/28/39
55/55 60/61

R-32/675,0
0,70/0,48FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B 1,3/2,50/3,0 1,30/2,80/4,00 2,50/2,40 6,22/4,06 141/827 103/659 20/26/40 21/28/40

FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B 1,3/3,30/3,8 1,30/3,50/4,80 3,50/2,80
6,21/4,06

197/965 140/686 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62
FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B 1,7/5,00/6,0 1,70/6,00/7,70 5,00/4,60 282/1.584 196/1.216

295x990x263
31/34/43 30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95

FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B 1,7/6,00/7,0 1,70/6,40/8,00 6,00/4,80 6,15/4,06 342/1.655 239/1.400 33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXP20L2V1B / RXP20L2V1B 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50

A++/A++
2,00/2,20 6,79 4,65 104/662

286x770x225
20/25/39 21/28/39

55/55 60/61

R-32/675,0

0,70/0,48FTXP25L2V1B / RXP25L2V1B 1,3/2,50/3,0 1,30/3,00/4,00 2,50/2,40 6,92 4,61 127/728 20/26/40 21/28/40
FTXP35L2V1B / RXP35L2V1B 1,3/3,50/4,0 1,30/4,00/4,80 3,50/2,80 6,62 4,64 186/845 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62
FTXP50L2V1B / RXP50L2V1B -/5,0/- -/6,0/-

A++
-

5,0 260
295x990x263

31/34/43                     30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95
FTXP60L2V1B / RXP60L2V1B -/6,0/- -/7,0/- 6,0 308  33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98 
FTXP71L2V1B / RXP71L2V1B -/7,1/- -/8,2/- A 7,1 469  34/37/46 33/36/45 62/62 66/65 1,15/0,78
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Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXG20LV1BS / RXG20L2V1B 1,3 /2,8 1,3 /4,3 

A+++/A++
2,30/2,10 8,52

4,60
94/639

303x998x212

19/25/38
19/28/40

54/56 61 /62 

R-410A/2.087,5

1,05/2,2FTXG25LV1BS / RXG25L2V1B 1,3 /3,0 1,3 /4,5 2,40/2,70 8,50 99/821 19/28/41
FTXG35LV1BS / RXG35L2V1B 1,4 /3,8 1,4 /5,0 A++/A++ 3,50/3,00 7,00 175/913 20/26/45 20/29/45 59/59

63/63
FTXG50LV1BS / RXG50L2V1B 1,7 /5,3 1,7 /6,5 A++/A+ 4,80/4,60 6,70 4,24 251/1.519 25/35/46 25/35/47 60/60 1,6/3,3
FTXG20LV1BW / RXG20L2V1B 1,3 /2,8 1,3 /4,3 

A+++/A++
2,30/2,10 8,52

4,60
94/639

19/25/38
19/28/40

54/56 61 /62 
1,05/2,2FTXG25LV1BW / RXG25L2V1B 1,3 /3,0 1,3 /4,5 2,40/2,70 8,50 99/821 19/28/41

FTXG35LV1BW / RXG35L2V1B 1,4 /3,8 1,4 /5,0 A++/A++ 3,50/3,00 7,00 175/913 20/26/45 20/29/45 59/59
63/63

FTXG50LV1BW / RXG50L2V1B 1,7 /5,3 1,7 /6,5 A++/A+ 4,80/4,60 6,70 4,24 251/1.519 25/35/46 25/35/47 60/60 1,6/3,3

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

DAIKIN EMURA FTXG-LW

Gama 
standard

FTX-KV + RX-K

FTXG-LW/S + RXG-L

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTXS20K3V1B / RXS20L3V1B -/2,00 /- 1,3/2,5 /4,3

A++/A++
2,00/2,30 7,40 4,77 95/675

215x780x289
19/24/-/40 19/27/-/40

58/58
59/58

R-410A/2.087,5

1,0/2,1
FTXS25K3V1B / RXS25L3V1B -/2,5 /- 1,3/2,8 /4,7 2,50/2,50 7,90 4,78 111/732 19/25/-/41 19/27/-/41 59/59
FTXS35K3V1B / RXS35L3V1B 1,4/3,5 /4,0 1,4/4,00 /5,2 3,50/3,60 7,47 4,85 164/1.039

215x900x298
19/29/-/45 19/29/-/45

59/59 61/61
1,2/2,5

FTXS42K3V1B / RXS42L2V1B 1,7/4,20 /5,0 1,7/5,40 /6,0
A++/A+

4,20/4,00
6,80 4,20

216/1.334 21/33/-/45 22/33/-/45 1,3/2,7
FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B 1,7/5,00 /5,3 1,7/5,80 /6,5 5,00/4,60 257/1.535 23/34/-/46 24/34/-/47 60/60

62/62
1,7/3,5

FTXS60GV1B / RXS60L2V1B 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0
A/A

6,00/4,80 5,58 3,89 376/1.728
290x1.050x250

33/36/41/45 32/35/40/44 60/59 1,5/3,1
FTXS71GV1B / RXS71FAV1B8 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 7,10/6,20 5,28 3,81 471/2.276 34/37/42/46 34/37/42/46 63/62 65/66 2,3/4,8

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTX20K2V1B / RX20K2V1B -/2,0/- -/2,50/-

A++/A++
2,00/2,20 6,66 4,65 105/662

286x770x225
20/25/39 23/28/39

55/55 60/61

R-410A/2.087,5

0,74/1,5
FTX25K2V1B / RX25K2V1B -/2,5/- -/3,00/- 2,50/2,40 6,55 4,61 134/729 20/26/40 23/28/40
FTX35K2V1B / RX35K2V1B -/3,5/- -/4,00/- 3,50/2,80 6,44 4,64 190/845 20/27/43 26/29/43 58/58 62/62 1,0/2,1
FTX50K2V1B / RX50K2V1B 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,7

A++/A+
5,00/4,60 6,59 4,10 266/1.570

295x990x263
31/34/43 30/33/42 59/58 60/62 1,13/2,36

FTX60K2V1B / RX60K2V1B 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 6,00/4,80 6,76 4,10 311/1.640 33/36/45 32/35/44 60/59 63/63
1,45/3,03

FTX71K2V1B / RX71K2V1B 2,3/7,1/7,3 2,3/8,2/9,0 A/A 7,10/6,20 5,25 3,81 473/2.277 34/37/46 33/36/45 62/61 66/65
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FTXK-AW/S + RXK-A

FTXB-C + RXB-C

Multi model application

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

De perete

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • •

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTX20J3V1B / RX20K2V1B 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,5

-/- -/- - - -/- 283x770x198
22/25/33/39 25/28/34/39

55/55 60/61

R-410A/2.087,5

0,74/1,5
FTX25J3V1B / RX25K2V1B 1,3/2,5 /3,0 1,3/2,8 /4,0 22/26/33/40 25/28/34/40
FTX35J3V1B / RX35K2V1B 1,3/3,3 /3,8 1,3/3,5 /4,8 23/27/34/41 26/29/35/41 58/58 62/62 1,0/2,1
FTX50GV1B / RX50G3V1B 1,7/5,0 /6,0 1,7/5,8 /7,7 A+/A+ 5,00/4,60 5,63 4,08 311/1.578

290x1.050x238
31/34/39/43 30/33/38/42 59/58 63/64

1,5/3,1
FTX60GV1B / RX60G3V1B 1,7/6,0 /6,7 1,7/7,0 /8,0 A/A 6,00/4,80 5,10 3,74 412/1.795 33/36/41/45 32/35/40/44 60/59 63/-
FTX71GV1B / RX71GV1B8 2,3 /7,10 /8,5 2,3 /8,20 /10,2 B/A 7,10/6,20 4,97 3,81 500/2.276 34/37/42/46 34/37/42/46 63/62 65/66 2,3/4,8

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)
FTXK25AV1BW / RXK25AV1B

1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /4,0

A+/A+

2,50/2,40 5,66 4,24 155/792
297x890x210

21/29/34/40/41 21/29/34/40/41 53/53 58/58

R-410A/2.087,5

0,74/1,5
FTXK25AV1BS / RXK25AV1B
FTXK35AV1BW / RXK35AV1B

1,3/3,5 /3,8 1,3/3,6 /4,75 3,50/2,80 5,86 4,16 209/945 22/30/34/41/42 22/30/34/41/42 54/54 60/60 1,00/2,1
FTXK35AV1BS / RXK35AV1B
FTXK50AV1BW / RXK50AV1B

1,63/5,48 /6,20 1,17/5,62 /6,6 5,48/3,37 5,93 4,01 324/1.177
320x1.172x242

32/35/38/40/44 32/35/38/40/44 55/55 64/64 1,25/2,6
FTXK50AV1BS / RXK50AV1B
FTXK60AV1BW / RXK60AV1B

1,75/6,23 /6,50 1,2/6,4 /8,0 6,23/3,80 6,09 4,06 359/1.310 33/37/41/43/46 33/37/41/43/46 61/61 65/65 1,45/3,0
FTXK60AV1BS / RXK60AV1B

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)
FTXB20C2V1B / RXB20C2V1B 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,5

A+/A+

2,00/2,20 5,98 4,10 117/751
283x770x216

21/25/33/39/- 25/28/34/39/-
60/61

R-410A/2.087,5

0,74/1,5 0,74/1,5
FTXB25C2V1B / RXB25C2V1B 1,3/2,5 /3,0 1,3/2,8 /4,0 2,50/2,40 6,02 4,01 145/838 21/26/33/40/- 25/28/34/40/-
FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B 1,3/3,3 /3,8 1,3/3,5 /4,8 3,30/2,80 6,05 4,06 191/966 23/27/34/41/- 26/29/35/41/- 62/62 1,0/2,1

1,00/2,1
FTXB50CV1B / RXB50CV1B 1,63/5,48 /6,20 1,17/5,62 /6,60 5,48/3,64 5,93 4,27 324/1.195

310x1.065x224
32/35/38/40/44 32/35/38/40/44 64/-

1,45/3,0
FTXB60CV1B / RXB60CV1B 1,75/6,23 /6,50 1,20/6,40 /7,10 6,23/3,80 6,09 4,06 359/1.311 33/37/41/43/46 33/37/41/43/46 65/- 1,25/2,6
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Optimizate 
pentru încălzire

Când temperatura scade sub nivelul de îngheţ, este important să aveţi sistemul potrivit pentru a menţine un 
climat ideal în interior. Dar sistemul dvs. trebuie să facă mai mult decât să menţină o temperatură constantă, el 
trebuie, de asemenea, să fie fiabil, eficient din punct de vedere energetic şi uşor de controlat. 

Sprijinită de cercetarea efectuată la Centrul nostru European de Dezvoltare, Optimised Heating 4 este o soluţie 
de încălzire dezvoltată în Europa pentru tipurile de clime de aici. Echipată cu agent frigorific R-32 şi caracteristici 
îmbunătăţite, Optimised Heating 4 utilizează cele mai noi tehnologii pentru a obţine mai multă eficienţă 
energetică şi economisi energia. 

  Eficienţă  
 
Concepută pentru o climă mai rece, Optimised 
Heating 4 creează un mediu interior confortabil, 
menţinând în acelaşi timp un grad excelent de 
eficienţă energetică. 

 › Dezvoltată pentru a obţine o eficienţă energetică 
ridicată la temperaturi ambiante scăzute, Optimised 
Heating 4 atinge performanţa A+++ pentru încălzire cu: 
• agent frigorific R-32 
• compresor swing cu 2 camere: compresorul 
îmbunătăţit utilizează tehnologia cu invertor şi paşi 
mici de modificare a capacităţii pentru reglarea 
puterii unităţii şi satisfacerea necesităţilor energetice.  
Comparativ cu un compresor rotativ, compresorul 
swing cu 2 camere oferă o mai mare economie de 
energie, prezintă un risc mai scăzut de defectare a 
unităţii şi asigură o funcţionare mai silenţioasă şi fără 
vibraţii. 

  Fiabilitate
 
Pentru a garanta funcţionarea impecabilă a sistemului 
dvs. de încălzire, chiar şi la temperaturi de -25 °C, gama 
Optimised Heating 4 oferă caracteristici îmbunătăţite: 
 › Un compresor de dimensiuni mari pentru încălzire şi 
capacitate confortabile ori de câte ori este necesar 

 › Modernizări pentru mai puţine cicluri de dezgheţare
 › Conexiuni pentru tubulatura extinsă şi furtun de 
drenare extins pentru o instalare mai uşoară

 › Serpentină suspendată liberă: nu este nevoie de un 
cablu de încălzire. Acest lucru economiseşte bani şi 
elimină problemele atunci când cablul încălzitorului 
se defectează.

Gama Optimised Heating 4 include, de asemenea, 
îmbunătăţiri suplimentare pentru a reduce acumularea 
de gheaţă, cum ar fi: 
 › O placă inferioară reproiectată pentru îmbunătăţirea 
scurgerii apei

Avantaje suplimentare:
•  Eliberează gheaţa topită din jurul 

schimbătorului de căldură 
•  Împiedică acumularea de gheaţă 

între picioare şi console 
•  Utilizează un amortizor de vibraţii 

pentru atenuarea acestora

A+++

Noul cadru inferior descarcă apa 
direct către sol. 

eliminat
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  Instalare uşoară
 
Daikin Optimised 4 oferă o gamă largă de sisteme 
optimizate pentru orice mediu.  

Gama oferă, de asemenea, un proces de instalare rapid 
şi uşor, care include:
 › Tubulatură extinsă: Această tubulatură mai lungă 
este adaptată special pentru a se potrivi cu pereţii 
mai groşi ai clădirilor scandinave şi pentru a ajuta 
antreprenorii să reducă durata de instalare

 › Mâner de ridicare îmbunătăţit: Mânerul nou 
proiectat ajută instalatorii să transporte cu uşurinţă o 
unitate exterioară în timp ce poartă mănuşi groase

Tubulatura auxiliară este extinsă la 50 cm pentru a răspunde cererii de pe piaţă şi 
a reduce durata de instalare. De asemenea, este adaptată pentru a se potrivi cu 
grosimea pereţilor caselor scandinave. 

Tubulatură auxiliară extinsă
Furtun de drenare extins

50 cm

FTXTM30, A/FTXTP25/35 .........+180 mm
FTXTM40 ................................................................+160mm
Furtun de drenare ...............................+160 mm

  Control uşor  
 
Cu Daikin Online Controller, puteţi, de oriunde, să programaţi, să gestionaţi şi să monitorizaţi sistemul 
dvs. de încălzire.  

Pur şi simplu conectaţi unitatea la Wi-Fi şi descărcaţi aplicaţia pentru a schimba termostatul, a seta programele de 
temperatură, a vă examina consumul de energie şi a vă dezvolta propriul flux de lucru „If this, then that”.  
Daikin Online Controller este, de asemenea, disponibil ca funcţie integrată pentru unitatea dvs. Daikin (opţional).

  Confort: 
 
Cu gama Optimised Heating 4, nu trebuie să sacrificaţi niciodată confortul pentru a beneficia de eficienţa 
energetică. 

Aer proaspăt, sănătos 
Crearea unui mediu interior sănătos este esenţială 
pentru regiunile cu climă mai rece. Daikin utilizează 
tehnologia Daikin Flash Steamer şi un filtru Saranet 
pentru a îmbunătăţi calitatea aerului din biroul, casa 
sau magazinul dvs. 

Flux de aer confortabil 
Senzorul de detectare a mişcării Daikin reglează, de 
asemenea, fluxul de aer şi comută sistemul la un mod 
eficient din punct de vedere energetic atunci când nu 
sunt detectaţi ocupanţi în cameră. 
Ventilatorul (viteza şi nivelul de zgomot) garantează o 
funcţionare impecabilă a unităţii.  
 

 
Scenariul cu şemineu 
Sistemele Daikin sunt flexibile şi uşor de adaptat 
pentru orice cameră, inclusiv în spaţii care conţin surse 
suplimentare de căldură, cum ar fi un şemineu. 

 › Camerele care conţin un şemineu tind să fie mai 
calde şi să aibă o temperatură mai ridicată decât cea 
prevăzută iniţial. 

 › Atunci când există o diferenţă de temperatură într-o 
cameră şi se utilizează un şemineu, aparatul de aer 
condiţionat va trece în modul „numai ventilator” 
pentru a distribui căldura de la şemineu în alte 
camere. 

 › Cu cât fluxul de aer scade, cu atât mai mult 
temperatura camerei ajunge la valoarea sa iniţială. 

Butonul de activare şemineu de 
pe telecomandă

Pictograma şemineu de 
pe telecomandă
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FTXTM-M + RXTM-N

FTXTP-K + RXTP-N

ATXTP-K + ARXTP-N

Design atrăgător, cu montare pe perete, cu o calitate perfectă a aerului interior, chiar şi la temperaturi ambiante de până la -25 °C
 › Valori ale eficienţei sezoniere: gama completă A+++ în încălzire
 › Aer mai curat şi mai proaspăt datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: puteţi respira adânc, fără grija aerului impur
 › Atunci când unitatea este instalată în apropierea unui dispozitiv de încălzire (de ex., un şemineu sau un cuptor) şi se atinge 
temperatura setată, ventilatorul continuă să funcţioneze pentru a distribui uniform temperatura în întreaga casă

Unitate discretă, montată pe perete, care oferă eficienţă ridicată şi confort sporit, chiar şi la temperaturi ambiante de până la -25 °C
 › Valori ale eficienţei sezoniere: întreaga gamă are A+++ în răcire şi încălzire
 › Design modern pentru montare pe perete cu economisirea spaţiului

Unitate Siesta discretă, montată pe perete, care oferă eficienţă ridicată şi confort sporit, chiar şi la temperaturi ambiante de până la -25 °C
 › Valori ale eficienţei sezoniere: întreaga gamă are A+++ în răcire şi încălzire
 › Design modern pentru montare pe perete cu economisirea spaţiului

Clasă de 
capacitate

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate 
exterioară Agent frigorific

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire

Clasă 
energetică Pdesign SEER SCOP Consum anual 

de energie Dimensiuni Nivel de 
putere sonoră

Nivel de 
putere sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire (kW) Răcire Încălzire Răcire/Încălzire 

(kWh) Î x l x a (mm) Răcire/
Încălzire (dBA)

Răcire/
Încălzire (dBA) Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)

25 0,7/2,5/4,0 0,8/3,2/6,2
A++/A++

2,5/2,5 7,1 4,98 123/703
285x770x225 58/58 61/61 R-32/675 1,1/0,75

35 0,7/3,5/4,4 0,8/4,0/6,7 3,5/3 7,2 4,81 175/873

Clasă de 
capacitate

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate 
exterioară Agent frigorific

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire

Clasă 
energetică Pdesign SEER SCOP Consum anual 

de energie Dimensiuni Nivel de 
putere sonoră

Nivel de 
putere sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire (kW) Răcire Încălzire Răcire/Încălzire 

(kWh) Î x l x a (mm) Răcire/
Încălzire (dBA)

Răcire/
Încălzire (dBA) Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)

25 0,7/2,5/4,0 0,8/3,2/6,2
A++/A++

2,5/2,5 6,98 4,93 124/710
285x770x225 58/58 61/61 R-32/675 1,1/0,75

35 0,7/3,5/4,4 0,8/4,0/6,7 3,5/3 7,05 4,76 175/883

conţine gaze fluorurate cu efect de seră

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXTM30M2V1B / RXTM30N2V1B 0,70/3,00/4,50 0,80/3,20/6,70

A++/A+++
3,00/3,00 7,60 5,12 138/821 294x811x272 21/25/45 19/22/45

61 /61 R-32/675 1,1/- 1/2,1
FTXTM40M2V1B / RXTM40N2V1B 0,70/4,00/5,10 0,80/4,00/7,20 4,00/3,80 7,70 5,30 182/1.004 300x1.040x295 20/24/46 19/22/46
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FTXLS-K3 + RXLS-M

FTXL-JV + RXL-M3

FTXG- LW/S + RXLG-M
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire

Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXG25LV1BW / RXLG25M2V1B

1,3/2,5 /4,0 1,0 /4,4 /6,1 
A++/A++

2,50/2,50 7,04 4,64 124/755
303x998x212

19/25/38 19/28/41 54/56
61 /61 R-410A/2.087,5 1/2,1

FTXG25LV1BS / RXLG25M2V1B
FTXG35LV1BW / RXLG35M2V1B

1,4/3,5 /4,6 1,0 /5,1 /6,7 3,50/3,00 6,67 4,60 184/913 20/26/45 20/29/45 59/59
FTXG35LV1BS / RXLG35M2V1B

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom. (kW) Nom. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXL25J2V1B / RXL25M3V1B 2,5 3,2

A+/A+
2,50/2,50 6,01 4,37 146/793

283x770x198 23/27/41 26/29/41 57 /57 61 /61 R-410A/2.087,5 1/2,1
FTXL35J2V1B / RXL35M3V1B 3,5 3,8 3,50/3,00 5,87 4,21 209/998

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTXLS25K3V1B / RXLS25M2V1B 1,6/2,5/4,4 1,0/4,7/6,6 

A++/A++
2,50/3,20 6,62 4,62 132/947

298x900x215 21/33/39/45
19/23/37/47

59 /62 61 /61 R-410A/2.087,5 1,3/2,7
FTXLS35K3V1B / RXLS35M2V1B 1,7/3,5/5,0 1,0/5,4/7,2 3,50/3,80 6,91 4,60 177/1.147 19/23/36/47
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Siesta  
unităţi de perete
 › Gama Siesta oferă o varietate mare de unităţi de 
perete cu valori ale eficienţei ridicate de până la clasa 
A+++.

 › Acestea furnizează niveluri de confort excelente, 
permiţând conectarea mai multor unităţi (pentru 
ATXS-K, ATX-J3, ATX-K) la aceeaşi pompă de căldură.

ATXM-M + ARXM-M9

ATXP-K + ARXP-K

ATXC-A + ARXC-A

Unităţi interioare 
conectabile

ATXM-M ATXP-KV

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Multi model application

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
ATXM25M2V1B / ARXM25M3V1B9 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70

A+++/A+++
2,50/2,40

8,50 5,10
103/659

294x811x272
19/25/33/41 20/27/34/39 58 /55 59 /59 

R-32/675,0
0,76/0,52

ATXM35M2V1B / ARXM35M3V1B9 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 140/686 19/29/33/45 20/28/35/39 60 /55 61 /61 
ATXM50M2V1B / ARXM50M3V1B9 1,70/5,00/5,30 1,70/5,80/6,50 A++/A++ 5,00/4,60 7,31 4,60 239/1.400 300x1.040x295 32/36/40/44 31/34/39/43 59 /58 62 /62 1,40/0,95

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
ATXTP25K3V1B / ARXTP25N2V1B 0,70/2,50/4,00 0,80/3,20/6,00

A++/A++
2,50/2,50 6,983 4,93 125/710

285x770x225 21/26/43 21/26/43 58 /58 61/61 R-32/675 1,1/-
ATXTP35K3V1B / ARXTP35N2V1B 0,70/3,50/4,40 0,80/4,00/6,50 3,50/3,00 7,05 4,76 174/883

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/scăzut/ridicat/ 
super-ridicat (dBA)

ATXC25AV1B / ARXC25AV1B 2,56 2,84

A++/A+

2,56/2,41 6,14
4,00

146/773
288x859x209

21/29/40/41 53 58 /-

R-32/675

0,60/0,41
ATXC35AV1B / ARXC35AV1B 3,37 3,58 3,37/2,19 6,11 193/768 22/30/41/42 54 60 /- 0,80/0,54
ATXC50AV1B / ARXC50AV1B 5,48 5,62 5,48/3,57 6,79 4,30 283/1.163

310x1.124x237
32/35/40/44 55 64 /- 1,10/0,74

ATXC60AV1B / ARXC60AV1B 6,23 6,40 6,24/4,16 6,21 4,21 352/1.385 33/37/43/46 61 65 /- 1,20/0,81
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ATXS-K + ARXS-L(3)

ATXB-C + ARXB-C

ATXN-NB9 + ARXN-NB9

ATX-J3 + ARX-K

ATX-KV + ARX-K

Unităţi interioare 
conectabile

ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Aplicaţii multimodel

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
ATX20J3V1B / ARX20K2V1B 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,5

A++/A+
2,00/2,20 6,11 4,34 115/711

283x770x198
22/25/33/39 25/28/34/39

55/55 60/61
R-410A/2.087,5

0,74/1,5
ATX25J3V1B / ARX25K2V1B 1,3/2,5 /3,0 1,3/2,8 /4,0 2,50/2,40

6,15
4,16 142/809 22/26/33/40 25/28/34/40

ATX35J3V1B / ARX35K2V1B 1,3/3,3 /3,8 1,3/3,5 /4,8 3,30/2,80 4,14 188/947 23/27/34/41 26/29/35/41 58/58 62/62 1,0/2,1

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)

Funcţionare silenţioasă/
scăzut/nominal/ridicat/

super-ridicat (dBA)
ATXB25C2V1B / ARXB25C2V1B 1,3/2,5 /3,0 1,3/2,8 /4,0

A+/A+

2,50/2,40 5,93 4,01 148/838
283x770x216

21/26/33/40/- 25/28/34/40/- 55/55 60/61

R-410A/2.087,5

0,74/1,5
ATXB35C2V1B / ARXB35C2V1B 1,3/3,3 /3,8 1,3/3,5 /4,8 3,30/2,80 6,02 4,04 192/970 23/27/34/41/- 26/29/35/41/- 58/58 62/62 1,0/2,1
ATXB50CV1B / ARXB50CV1B 1,63/5,48 /6,20 1,17/5,62 /6,60 5,48/3,64 5,93 4,27 324/1.195

310x1.065x224
32/35/38/40/44 32/35/38/40/44 55/- 64/-

1,45/3,0
ATXB60CV1B / ARXB60CV1B 1,75/6,23 /6,50 1,20/6,40 /7,10 6,23/3,80 6,09 4,06 359/1.311 33/37/41/43/46 33/37/41/43/46 61/- 65/-

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom. (kW) Nom. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire

Răcire (dBA)
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Tip/GWP Cantitate  
(kg/TCO2Eq)Clasă de 

eficienţă 
energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/scăzut/ridicat/
super-ridicat (dBA)

ATXN25NV1B9 / ARXN25NV1B9 2,560 2,840 

A+/A+

2,56/2,41 5,66 4,00 159/842
288x859x209

21/29/40/41 53 58 /-

R-410A/2.087,5

0,74/1,5
ATXN35NV1B9 / ARXN35NV1B9 3,410 3,580 3,41/2,80 5,86 4,00 204/981 22/30/41/42 54 60 /- 1,00/2,1
ATXN50NV1B9 / ARXN50NV1B9 5,480 5,620 5,48/3,37 5,79 4,01 331/1.177

310x1.124x237
32/35/40/44 55 64 /-

1,45/3,0
ATXN60NV1B9 / ARXN60NV1B9 6,230 6,400 6,23/3,80 5,96 4,06 366/1.310 33/37/43/46 61 65 /-

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom. (kW) Nom. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
ATX20K2V1B / ARX20K2V1B 2,0 2,5 

A++/A++
2,00/2,20 6,62 4,64 106/664

286x770x225
20/25/39 23/28/39

55/55 60/61
R-410A/2.087,5

0,74/1,5
ATX25K2V1B / ARX25K2V1B 2,5 3,0 2,50/2,40 6,46 4,60 135/730 20/26/40 23/28/40
ATX35K2V1B / ARX35K2V1B 3,5 4,0 3,50/2,80 6,42 4,62 191/849 20/27/43 26/29/43 58/58 62/62 1,0/2,1

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire
Eficienţă sezonieră  
(conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire  
(climat temperat) Răcire Încălzire  

(climat temperat)
Răcire/Încălzire 

(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire
Răcire/

Încălzire  
 (dBA)

Răcire/
Încălzire  

 (dBA)
Tip/GWP Cantitate  

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţă 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
ATXS25K3V1B / ARXS25L3V1B -/2,5 /- 1,3/2,8 /4,7

A++/A++
2,50/2,50 7,51 4,68 117/747 289x780x215 19/25/33/41 19/27/34/41 58/58 59/59

R-410A/2.087,5
1,0/2,1

ATXS35K3V1B / ARXS35L3V1B 1,4/3,5 /4,0 1,4/4,00 /5,2 3,50/3,60 7,10 4,61 173/1.094
298x900x215

19/29/37/45 19/29/39/45 59/59 61 /61 1,2/2,5
ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B 1,7/5,00 /5,3 1,7/5,80 /6,5 A++/A+ 5,00/4,60 6,46 4,00 271/1.608 23/34/40/46 24/34/40/47 60/60 62 /62 1,7/3,5

Notă: Etichetele de eficienţă LOT 10 sunt variază între A+++ şi D
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