Dizajnova klimatizacia
Daikin Emura

Vdaka elegantnému tvaru a prémiovym Energetické triedy
farbdm doda styl vasmu interiéru. a2 do triedy a2 do triedy

PDAIKIN

www.daikin.sk/daikin-emura

emurda
Akusticky tlak Vykurovaci/chladiaci vykon
do 19 dBA az5,8/50"kw
Prevadzkovy rozsah Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)

-20°C pri vykurovani az 50°C pri chladenf 305 x 900 x 212 mm

Viybrané funkcie

‘ Komfort: ‘
K ( 7\? / E?
Tepelny Coanda efekt — Coanda efekt—  Pradenie Ivjsenie Tichy rezim Tichy rezim
snimac chladenie vykurovanie  vzduchu3D vykurova(\ehovy’konu vnut. jednotky vonkajsej jednotky
‘ Cistenie vzduchu: Prepojenie: ‘
<¢ =
staeance = e
Flash Titdnium- Strieborny Vzduchovy Aplikacia Multi- Sluzba
Streamer  apatitovy filter filter filter Onecta Split Daikin Cloud

Poznémky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 20-25-35-42-50. Standardne dodévany infraterveny bezdrétovy dialkovy
ovladac a wifi adaptér



Inteligentna, ticha a spolahliva: Daikin Emura zarucuje Spi¢kovy vykon a
smart funkcie, ktoré sa prisposobia vasmu zivotnému stylu.
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Klimatizacia

Stylish

Oceneny dizajn, ktory hovorf za vietko. Energetické triedy
K dispozicii v 3 farbach, ktoré ladia a7 do triedy aZ do triedy
s kazdym interiérom. %m :Q: m

www.daikin.sk/stylish

Akusticky tlak Vykurovaci/chladiaci vykon (kW)
do 19 dBA az5,8/50"kw
Prevadzkovy rozsah Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)

-15°C pri vykurovani az 46 °C pri chladeni 295x798x189 mm

Viybrané funkcie

Komfort:

] ' / () 7 ZDJ 7
Tepelny  Coanda efekt — Coanda efekt—  Pradenie Komfortny Tichy rezim Tichy rezim
snimac chladenie vykurovanie  vzduchu3D rezim vnit. jednotky vonkajsej jednotky

Cistenie vzduchu: Prepojenie:
<t £ 4 4 -
Flash Titdnium- Strieborny Staticky Aplikacia Multi- Sluzba
Streamer  apatitovy filter filter filter Onecta Split Daikin Cloud

Poznamky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 15 (len Multi)-20-25-35-42-50. Standardne dodavany infracerveny bezdrétovy
dialkovy ovladac a wifi adaptér.



Komfort a kompaktnost v jednom: Daikin Stylish sa vdaka ultratenkému
dizajnu (hibka len 189 mm) zmesti do kazdého interiéru.
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Klimatizacia
/ 7/ .
Nastenna jednotka Perfera
Ponuka vysoky vykon s nizkou Energetické triedy
spotrebou energie po cely rok. a7 do triedy a7 do triedy
- -

www.daikin.sk/perfera p@ HC@ TQ

Akusticky tlak Vykurovaci/chladiaci vykon (kW)
do 19 dBA az82/710kw

Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)
298 x 804 x 252 mm (pre velkost 20-50)
298 x 997 x 292 mm (pre velkost 60-71)

Prevédzkovy rozsah
-20°C pri vykurovani az 50°C pri chladenf

Viybrané funkcie

Komfort:
(=) J ), e~ e~ AN
(2 ) () C@

Detekcia Pridenie vjenie Komforts Komfortny Tichy rezim Tichy rezim
pohybu vzduchu 3D  vykurovacieho vykonu rezim vnit. jednotky vonkajsej jednotky
Cistenie vzduchu: Prepojenie:
< # 4 4 [ .2
Flash Titdnium- Strieborny Staticky Aplikdcia Multi- Sluzba
Streamer  apatitovy filter filter filter Onecta Split Daikin Cloud

Poznamky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 15 (len Multi)-20-25-35-42-50-60-71. Standardne dodavany infracerveny
bezdrétovy dialkovy ovladac a wifi adaptér.



Parapetna klimatizacia

Parapetna jednotka Perfera

Moderny dizajn s vynimocnymi
vykurovacimi vlastnostami, ktoré sa
postaraju o teplo vasho domova.

www.daikin.sk/perfera-floor
Akusticky tlak
do 19 dBA
Prevédzkovy rozsah

-20°C pri vykurovani az 50°C pri chladenf

Viybrané funkcie

Energetické triedy

az do triedy az do triedy
= rad

oerfero

Viykurovaci/chladiaci vykon (kW)
az 5,8/ 50Mkw

Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)

600 x 750 x 238 mm

Komfort:
0% 0% D U— (UL (] (1F
- N 2" K
vyienie Vykurovanie Teplo od Vertikélny Predchadzanie  Tichy rezim Tichy rezim
vykurovacieho vykonu Plus podlahy  automaticky pohyb  prievanu  vnut. jednotky vonkajsej jednotky
Cistenie vzduchu: Prepojenie:
< f 2
stneamer i = = e
Flash Titdnium- Vzduchovy Aplikacia Multi- Sluzba
Streamer  apatitovy filter filter Onecta Split Daikin Cloud

Poznémky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 20 (len Multi)-25-35-50. Standardne dodévany infraterveny bezdrétovy

dialkovy ovlddac a wifi adaptér



Standardna klimatizacia

Comfora

Smart rieSenie, ktoré sa hodf do kazdej
miestnosti. Skvely vykon za dostupnu cenu.

www.daikin.sk/comfora

Energetické triedy

az do triedy az do triedy
ral rad

T T

D D

comforo

Akusticky tlak
do 19 dBA

Viykurovaci/chladiaci vykon (kW)
az8,2/71MkW

Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)
286 x 770 x 225 mm (pre velkost 20-50)
295 x 990 x 263 mm (pre velkost 60-71)

Prevédzkovy rozsah (oC)
-15°C pri vykurovani az 48°C pri chladenf

Viybrané funkcie

Komfort:
9 o b = — [T /T
2 VNS — e :
Pridenie Komfortny Vertikalny Horizontélny Rezim Tichy rezim Tichy rezim
vzduchu 3D rezim automaticky pohyb automaticky pohyb Econo vnit. jednotky vonkajsej jednotky
Cistenie vzduchu: Prepojenie:
g & 2
& ! L, S QoD
Titdnium- Strieborny Vzduchovy Aplikdcia Multi- Sluzba
apatitovy filter filter filter Onecta® Split® Daikin Cloud @

Poznamky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 20-25-35-50-60-71. (2) Integrované pre velkosti 20-25-35-50, sticastou vnutornej
jednotky pre velkosti 60-71. (3) Plati pre jednotky velkosti 20-25-35. (4) DCS je k dispozicii len pre velkosti 20-25-35-50.
Standardne dodévany infracerveny bezdrotovy dialkovy ovladac.



Sensira FTXF

Spolahlivé a vykonné riedenie za
dostupnt cenu.

www.daikin.sk/sensira

Akusticky tlak
do 20 dBA

Prevadzkovy rozsah

-15°C pri vykurovani az 48°C pri chladeni

Viybrané funkcie

Energetické triedy

az do triedy

% 3ol
sSeNsIrg

do triedy

Viykurovaci/chladiaci vykon (kW)
az8,2/71WkW

Rozmery vnutornej jednotky (VxSxH)
286 x 770 x 225 mm (pre velkosti 20-50)
295 x 990 x 263 mm (pre velkosti 60-71)

Komfort:

g e & &0 (F
(\ \ — — DRY @
Komfortny Vertikalny Rezim Rezim zvyieného  Uspora Odvlh¢ovaci  Tichy rezim

rezim automaticky pohyb Econo vykonu energie rezim vnut. jednotky
Cistenie vzduchu: Prepojenie:
. Aplikacia
Vzduchovy filter Onecta®

Poznamky: (1) Dostupné velkosti jednotiek: 20-25-35-42-50-60-71. (2) Integrované pre velkosti 20-25-35-42-50, sticastou vnutornej
jednotky pre velkosti 60-71. Standardne dodavany infracerveny bezdrétovy dialkovy ovladac a wifi adaptér



To najlepsie pre
vas domov

Daikin Airconditioning
Central Europe -
Slovakiass.r. o.
Galvaniho 15/C

82104 Bratislava
Slovakia

42125710 321
office@daikin.sk
www.daikin.sk
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[ CERTIFIED
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1509001+150 14001 ECPSK25-005 12/2025 Www. eurovent-certification.com

Aktudlna publikacia slizi iba na informativne Ucely a nepredstavuje zavdznu ponuku spolocnosti Daikin Europe N.V. Spolo¢nost
Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikacie podla svojich najlepsich vedomosti. Nedéva ani vyslovnd, ani implicitni
Zzéruku za Uplnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity tcel jeho obsahu a tu prezentovanych produktov a sluzieb.
Technické tdaje sa mdzu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta
akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame 3kody v najsiriom zmysle slova vyplyvajce alebo tykajlce sa pouzivania
alebo interpretdcie tejto publikcie. Cely obsah je chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Daikin Europe N.V.



1 | Preco si vybrat Daikin?

Viac ako 100 rokov je spolo¢nost Daikin svetovym
lidrom v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania

a Cistenia vzduchu.

‘é“".“nw ""'%

&

ANNIVERSARY

o

o m,,,%.

4 o
Patizaens 9

Rebricek predaja zariadeni
globalnych vyrobcov klimatizicii,
2023 (Keizai Co,, Ltd. ,Global Home

Appliance Market 2025")

100 rokov inovacie:
od japonskych korenov az po
14 vyrobnych zavodov
a 12 vyskumnych centier
v Eurépe.

Navrhnuté a vyrobené v Eurépe
s ddrazom na kvalitu, komfort
a udrzatelnost

Splitové systémy Daikin

Spolahlivost  Spolahlivy vykon vdaka vlastnej kompresorovej

technoldgii Daikin.

Komfort Vdaka inteligentnym snimacom sa vzduch vo vasej
miestnosti prispdsobi vasmu komfortu.
Ovlédanie Klimatizaciu jednoducho ovlddate cez mobilnt aplikaciu
Onecta.
U¢innost Klimatizacie Daikin su energeticky velmi efektivne,
¢fim pomahaju znizit vase Ucty za elektrinu.
Ticho

Tak tiché, Ze ich takmer nepostrehnete.



2 | Komfort

w

Inteligentny teplotny
senzor

Smart senzor rovnomerne
distribuuje vzduch

v miestnosti pre
maximalny komfort.

=)

Rychle dosiahnutie teploty

Ohreje vas domov az

0 14 % rychlejsie ako
klimatizacie. Teplo doda
vykonne a rychlo.

I

Q
(2
Detekcia pohybu

Pohybovy senzor rozpozng,
¢i sa v miestnosti niekto
nachéadza. Nasledne
automaticky nastavi idedlny
vykon.




Coanda efekt:

Specidlne navrhnuté
klapky optimalizuju
prudenie vzduchu v rezime
chladenia aj vykurovania
tak, aby zabezpecili
maximalny dosah pridenia
vzduchu a lepsie rozlozenie
teploty v celej miestnosti.

&

Takmer nepocutelné

Klimatizacie Daikin su navrhnuté tak, aby vytvorili idedine prostredie
na relax aj pracu - bez rusivych zvukov.

Vdaka vnutornym jednotkdm, ktoré obmezuju hluk na 19dBA

a vonkajsim na 46dBA, si mozete 60

uzivat pokoj doma i vonku. i
50

46 dBA

dBA

30
dBA

10
dBA @
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Dychanie  Vnitorné Lahky Sepot Chladnicka  Vonkajsie Dézd Konverzacia

jednotky vietor jednotky
Daikin Daikin



3 | Cisty vzduch

Dychajte Cisty vzduch

Vnutri trdvime 90 % casu, kde méze byt vzduch az 5-krat viac znecisteny ako
vonku. Preto Daikin ponuka pokrocilé filtre a technoldgiu Cistenia vzduchu,
ktoré zlepsuju kvalitu a komfort vzduchu u vas doma.

Flash Streamer

Patentovand technoldgia Cistenia vzduchu Daikin
zachytava virusy, alergény (napriklad pel a plesriové
alergény) a neprijemné zapachy zo vzduchu

a rozkladd ich na bezpecné atémy a molekuly vody.

STREAMER

Titdnovo-apatitovy deodorizacny filter Strieborny filter

Rozklada a ¢isti vzduch v interiéri od Bezproblémovo zachytava a Cisti vnutorny
neprijemnych zapachov. vzduch od alergénov, ako je pel.
— —

Staticky filter Vzduchovy filter

Novy staticky vzduchovy filter bol o3etreny Zachytava ¢astice prachu vo vzduchu.
aktivnou latkou (lonpure) na zachytavanie

baktérii/virusov.

*Technoldgia Flash Streamer nie je ur¢ena na medicinske Ucely



4 | Stand by me

Servis a podpora na dosah ruky

Stand by me vam prinasa dlhdoby pocit istoty. Bezplatna online platforma
vam umoznuje predIZit si zaruky na vase zariadenia, sledovat inétalacie
a ziskat pristup ku vsetkym servisnym partnerom.

4 STAND BY ME

Stand By Me: prediZena zaruka a servis na dosah ruky.

5 | DCS Residential

Vzdialena starostlivost

So sluzbou Daikin Cloud je vase zariadenie v dobrych rukach. Vdaka
vzdialenému monitoringu moze vas instalatér upravit nastavenia,
skontrolovat vykon a vyriesit problémy na dialku.

DCS Residential - profesionalna vzdialena platforma, ktora
zabezpecuje pohodlie a spolahlivy servis.



6 | Aplikacia Daikin Onecta

Majte vsetko pod kontrolou.
Kdekolvek, kedykolvek

S aplikdciou Onecta nastavite vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody

presne podla svojich potrieb.

- Nezélezi, ¢i ste doma alebo na cestéch - s Onectou mate vsetko pod

kontrolou:

Dialkovo ovlddate teplotu a prevadzkovy rezim

Menite nastavenia teplej vody vratane rychleho ohrevu
Planujte denné akcie az pre Sest akcif

Sledujte teplotu a stav predddzky v miestnostiach
Moniturujtg‘spotrebu energie podla dna, tyzdra alebo mesiaca




7 | Multi-Split rieSenia

S Daikin Multi split mézete chladit a kurit
az v piatich miestnostiach. A to vietko
iba s jednou vonkajsou jednotkou.

Menej

= Hluku: tichsia prevadzka vdaka jednej vonkajsej jednotke
= Casu: Rychlejsia instalacia
= Nakladov: nizsie naklady na instalaciu a udrzbu.

Viac

= Priestoru: na balkéne alebo fasade

= Funkcii: chladenie, vykurovanie a ohrev vody

= Moznosti: kombinujte jednotky podla vésej potreby
= U¢innosti: a7 do A+++

= Flexibility: kedykolvek mézete pridat dalsie jednotky



Multi split

* na chladenie a vykurovanie

= len 1 vonkaj$ia jednotka az pre
5 miestnosti.

Vykurovanie

vnutornych jednotiek

a chladenie
o — =
vonkajsia jednotka
AR ;%é Az do triedy A*** pri chladeni
me 5 cedv + pri i
A B { X Az do triedy *** pri vykurovani
Multi+

= chladenie, vykurovanie
a ohrev vody

= len 1 vonkaj$ia jednotka
Multi+ az pre 4 vnatorné
jednotky a 1 zasobnik teplej
vody (90 - 230I).

vonkajsia jednotka

4

vnutorné jednotky

zasobnik

na teplu

vodu

A ff % Az do triedy A*** pri chladenf
g9 ¢ Azdotriedy * privykurovani
A {r 7 do triedy ** pri vykurovani
‘B ﬁc—ﬁ)ﬁ Az do triedy A* pri
AR
O ohreve teplej pitnej vody



P DAIKIN

Klimatizacie Daikin
Na vzduchu nadm
zalezi. Po cely rok



