
Stylish 
Там, където комфортът 
среща стила



Stylish съчетава отличен дизайн и модерна технология, за да предостави цялостно решение 
за климатизация, подходящо за всяка среда. С дълбочина от едва 189 милиметра, Stylish 
е едно от най-тънките тела в своя клас и използва иновативни функции за постигане на 
високи нива на комфорт, енергийна ефективност, надеждност и управление.

До при отопление и охлаждане

Stylish е отличен с множество международни награди за дизайн, 
които отличават неговия иновативен външен вид, функции и 
неговата енергийна ефективност.

С над 100 години опит в сферата на климатизацията и решенията за климатизация, 
Daikin съчетава най-доброто от дизайна и технологията, за да ви помогне да постигнете 
вашия перфектен климат. Daikin Stylish е премиум климатик, създаден да се вписва 
безпроблемно в модерните жилищни пространства.

Защо да изберете Stylish?

Дизайн, печелещ награди

Стилно стенно тяло
Проектирано за комфорт





Изборът на климатик днес е нещо повече от въпрос на 
ефективност. Става въпрос за намиране на решение, което 
се усеща естествено във вашия дом. Със Stylish, Daikin 
съчетава функционалност и естетика в един изискан 
дизайн, създавайки иновативен продукт, който се вписва 
естествено във всеки интериор.  

Петте нови предни панела, в комбинация с фиксираните 
цветове на корпуса, вдъхват живот на широка гама 
интериорни стилове.

Заедно със съществуващите цветове на корпуса – бял, 
сребрист и черен – Stylish вече предлага внимателно 
подбрана палитра от осем дизайнерски опции. От 
изпълнения в стил светло дърво с естествено и тактилно 
усещане до смели и еклектични интериори, има вариант на 
Stylish, който се вписва естествено във всяко пространство.

Петте нови стила на предния панел се предлагат с фиксирани цветове на 
корпуса и не са разглобяеми. Покритията са създадени да наподобяват 
естествени текстури и не са изработени от истинско дърво, кожа или текстил.

Стилът „светло дърво“ с бял корпус  
внася топлина и естествена светлина. 

Създаден да се вписва 
дискретно във всеки интериор
Stylish вече се предлага в 
осем дизайнерски опции

FTXA-DP

Стил „тъмнокафява кожа“, с черен корпус
FTXA-DL

Бял
FTXA-CW

Стил „светло дърво“, с бял корпус
 FTXA-DP

Черно
FTXA-CB

Стил „сив текстил“, с черен корпус
FTXA-DG

Стил „цветен текстил“, с бял корпус
FTXA-DC

Сребристо
FTXA-CS

Стил „тъмно дърво“, с черен корпус
FTXA-DY



Стилът  „тъмнокафява кожа“, с черен корпус 
създава богат, непреходен и премиум облик. 

Стилът „тъмно дърво“, с черен корпус  
добавя дълбочина и изисканост.

Стилът  „цветен текстил“, с бял корпус придава 
свеж и експресивен характер.

Стилът „сив текстил“, с черен корпус предлага 
модерно и елегантно излъчване.

FTXA-DL

FTXA-DG FTXA-DC

FTXA-DY



Стил „светло дърво“, с бял корпус
 FTXA-DP

Стил „сив текстил“, с черен корпус
FTXA-DG

Стил „цветен текстил“, с бял корпус
FTXA-DC

Стил „тъмно дърво“, с черен 
корпус

FTXA-DY



Стил „тъмнокафява кожа“, с черен корпус
FTXA-DL



Ефектът на Коанда оформя въздушния поток, за да създаде естествено 
комфортен вътрешен климат. Специално проектираните жалузи насочват 
въздуха по-контролирано, като осигуряват равномерно разпределение на 
температурата в цялото помещение.

В зависимост от това дали е необходимо отопление или охлаждане, Stylish 
автоматично адаптира модела на въздушния поток. В режим на отопление, 
топлият въздух се насочва надолу чрез вертикален въздушен поток. В режим 
на охлаждане, въздухът се насочва нагоре по тавана, за да циркулира плавно 
в пространството.

Чрез редуване на тези два режима на въздушния поток, Stylish избягва 
течения и непрекъснато поддържа стабилна и приятна температура в 
помещението.

В режим на охлаждане, Ефектът на Коанда насочва въздушния поток по тавана. В режим на отопление, въздухът се 
насочва надолу, за да затопли равномерно жилищното пространство.

Ефект на Коанда

Stylish използва интелигентен термален сензор за измерване на температурата 
на повърхностнта в помещението,за да създаде по-балансиран вътрешен климат. 

След като общата температура бъде оценена, въздухът първоначално се 
разпределя равномерно в цялото пространство. След това системата регулира 
въздушния поток, за да насочи отоплението или охлаждането точно там, където е 
необходимо.

Интелигентен термален сензор

Интелигентният термален сензор разделя 
помещението на мрежа от 64 зони, за да отчита 
температурните разлики по различните повърхности.

Комфорт, който усещате
Вътрешната технология 
на Stylish по-отблизо



1. Flash streamer:
Електрони предизвикват химични реакции с частици във 
въздуха, намалявайки алергени като полени и гъбични 
спори, неутрализирайки миризмите и подобрявайки 
общото качество на въздуха.

2. Филтър за миризми с титаниев апатит:
Помага за намаляването на устойчиви миризми като 
тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

3. Сребърен филтър за премахване на алергени:
Улавя алергени като полени, като подпомага 
постоянното поддържане на чист въздух в помещението.

4. Статичен въздушен филтър:
Обработен с активно вещество (Ionpure), което спомага 
за улавянето и намаляването на бактериите и вирусите.

Чист въздух

Комфортът е най-приятен, когато остава незабележим. 
Stylish постига това чрез вентилатор, който оптимизира 
ефективността на въздушния поток, като същевременно 
поддържа изключително ниски нива на шум.

С нива на звуково налягане при работа до 19 dBA за 
вътрешните тела и до 46 dBA за външните тела можете да 
бъдете спокойни, че средата е тиха както вътре, така и отвън.

Ниско ниво на шума при работа
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Дишане Вътрешни 
тела на 
Daikin

Лек вятър Шепот Хладилник Външни 
тела на 
Daikin

Дъжд Разговор



Stylish ви дава контрол върху климатизация, дори 
когато не сте у дома. Стандартно тялото се свързва 
безпроблемно с приложението Daikin Onecta, което ви 
позволява да управлявате температурата, въздушния 
поток и режимите на работа директно от вашия 
смартфон или таблет. Можете да: 

	J Регулирате температурата и режимите на работа от 
разстояние.

	J Следите енергийното потребление по ясен и визуален 
начин.

	J Създавате графици, съобразени с ежедневието ви.

Всичко това чрез интуитивен интерфейс, създаден да 
направи управлението лесно и достъпно.

Свързано управление с 
приложението Daikin Onecta

Интелигентно управление 
и спокойствие, 
където и да сте За собствениците на жилища, които търсят 

допълнително спокойствие, Stylish може да бъде 
свързана с Daikin Cloud Service Residential.

Тази услуга позволява дистанционно наблюдение от 
вашия монтажник, като дава възможност потенциални 
проблеми да бъдат открити на ранен етап. В резултат, 
диагностиката е по-бърза, намесите са по-ефективни, а 
разходите за поддръжка могат да бъдат намалени. Това 
е дискретно ниво на поддръжка, което работи тихо във 
фонов режим дълго след монтажа.

Допълнителна сигурност с 
Daikin Cloud Service Residential



CTXA15-C/D FTXA20-C/D + 20A8 FTXA25-C/D + 25A8 FTXA35-C/D + 35A8 FTXA42-C/D + 42B8 FTXA50-C/D+ 50B8

Сезонна ефективност 
(съгласно EN14825) 
FTXA + RXA

Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. (kW)

Може да се комбинира само 
с външни тела тип „мулти“

1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,7/4,2/5 1,7/5/5,3

Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. (kW) 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,7/5,4/6 1,7/5,8/6,5

Енергиен клас Охлаждане/Отопление   /    /  

Проектен капацитет Охлаждане/Отопление (kW) 2,00/2,40 2,50/2,45 3,40/2,50 4,20/3,80 5,00/4,00

SEER Охлаждане 8,75 8,74 8,73 7,5 7,33

SCOP Отопление 5,15 5,15 5,15 4,6 4,6

Годишно потребление на енергия Охлаждане/Отопление (kWh/a) 80/652 100/666 136/680 196/1 156 239/1 218

CTXA15-C/D FTXA20-C/D FTXA25-C/D FTXA35-C/D FTXA42-C/D FTXA50-C/D

Вътрешно тяло
FTXA

Размери В х Ш х Д (mm) 295x798x189

Ниво на звукова мощност Охлаждане (dBA) 57 57 57 60 60 60

Ниво на звуково налягане

Охлаждане (dBA)
Безшумно/Ниско/

Високо

21/25/39 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46

Отопление (dBA) 21/25/39 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/33/46

20A8 25A8 35A8 42B8 50B8

Външно тяло
RXA

Ниво на звукова мощност Охлаждане/Отопление (dBA) Ном.

Може да се комбинира само 
с външни тела тип „мулти“

59,0/59,0 59,0/59,0 61,0/61,0 62,0/62,0 62,0/62,0

Ниво на звуково налягане Охлаждане/Отопление (dBA) Ном. 46,0/47,0 46,0/47,0 49,0/49,0 48,0/48,0 48,0/48,0

Работен диапазон

Охлаждане Мин.–Макс. (°CDB)  
външна температура

-10~46

Отопление Мин.–Макс. (°CDB)  
външна температура

-15~24

Тръбни съединения
Течна Вън. Д. (mm) 6,35

Газова Вън. Д. (mm) 9,50 12,7

Техническа таблица

Вътрешни тела за 
комбиниране  
(C/FTXA-C/D) с мулти 
сплит външни тела

Забележка: Съдържа флуорирани парникови газове
Тип хладилен агент: R-32 | GWP: 675,0

Капацитетен 
клас

2-портови „мулти“ 3-портови „мулти“ 4-портови „мулти“ 5-портови „мулти“ 4/5-портови „мулти“

2MXM40A9 2MXM50A8 2MXM68A8 3MXM40A8 3MXM52A8 3MXM68A8 4MXM68A8 4MXM80A8 5MXM90A8 4MWXM52A9 5MWXM68A9 5MWXM90A9

15 • • • • • • • • • • • •
20 • • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • • • •
42 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • • •



Разгледайте 
уебсайта на Stylish 

Свържете се с нас за 
повече информация 

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe HandelsGmbH е изготвила съдържанието на настоящата публикация на базата на информацията, с която разполага. 

Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin 

Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.
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