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‘ﬁ Filtru de argint pentru— () splytie premiata, pur si simplu te vei indragosti de eal
purificarea aerului
= siindepdrtarea
alergenilor > Valori ale eficientei sezoniere de pana la A+++ > Controler online (optional): controlati unitatea
» Filtrul de argint pentru purificarea aerului si interioard din orice locatie prin aplicatie, retea

Ochiul inteligent indepdrtarea alergenilor: capteaza alergenii, locala sau internet si beneficiati de o sinteza a
pe 2 zone precum polenul si acarienii. Filtrul elimina consumului de energiei
polenul si acarienii in proportie de cel putin 99% > Functionare silentioasa: functionarea unitatii

@ > Fluxul de aer 3D asigura circulatia aerului chiar si este aproape imperceptibild. Nivelul presiunii

Functionare in cele mai indeparte colturi ale camerei sonore scade pand la 19 dBA!
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Daikin Emura

FTXJ-MW/S + RXJ-M
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= —
ARC466A9
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FTXJ-MW/S RXJ20-35M
Unitate interioara FTXJ 20MW/s 25MW/s 35MW/s 50MW/S
Carcasa Culoare Alb/argintiu
Dimensiuni Unitate Inéltime x latime x adancime mm 303x998x212
Nivel de putere Racire dBA 54 59 60
sonora Incalzire dBA 56 59 60
Nivel de presiune  Récire Ridicat/scézut/functionare silentioass ~~ dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
sonora Incalzire Ridicat/scazut/functionare silentioass ~~ dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32
Sisteme de control Telecomanda cu infrarosu ARC466A9
Agent frigorific Tip R-32
GWP 675
EER/COP conform cu Eurovent 2012, pentru utilizarea in exterior numai in UE | Eficientd nominala: racire la 35°/27° sarcind nominald, incalzire la 7°/20° sarcina nominala
Date privind eficienta FTXJ +RXJ 20MW + 20M 25MW +25M 35MW +35M 50MW + 50M
Capacitate de racire Nom. kW 23 2,4 35 4,8
Capacitate de incalzire Nom. kW 2,50 3,20 4 5,80
Putere absorbita ~ Racire Nom. kw 0,50 0,51 0,86 1,43
Incalzire Nom. kw 0,50 0,70 0,99 1,59
Eficientd sezonierd Récire Clasd energetica A+++ A++
(conform EN14825) Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
’ SEER 873 8,64 7,19 7,02
‘ Consum anual de energie ~ kWh 92 97 170 239
ncalzire (climat  Clasé energetica A++ A+
mediu) Pdesign kw 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Consum anual de energie ~ kWh 638 822 913 1.505
Eficienta nominalda EER 4,64 4,73 4,09 3,35
cop 5,00 4,57 4,04 3,65
Consum anual de energie kWh 248 254 428 716
Clasa energeticad R&cire/Incilzire A/A
EER/COP conform cu Eurovent 2012, pentru utilizarea in exterior numai in UE | Eficientd nominala: racire la 35°/27° sarcind nominald, incalzire la 7°/20° sarcina nominala
Unitate exterioara RXJ 20M 25M 35M 50M
Dimensiuni Unitate Tnéltime x latime x adancime mm 550X765x285 735x825x300
Nivel de putere Racire dBA 61 63
sonora Incalzire dBA 62 63
Nivel de presiune  Récire Functionare mare/silentioasd dBA 46/43 48/45
sonora Incalzire Functionare mare/silentioasda ~ dBA 47/44 48/45
Domeniu de Racire Ambiant Min.~Max. °CDB -10~46
functionare Incélzire Ambiant Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/cantitate/GWP kg/TCOxeq R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675
Alimentare electrica Fazé/frecventa/tensiune Hz/V 1~/50/220-240

Contine gaze fluorurate cu efect de sera

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Corp B, etaj 8, RO-014459 Bucuresti, Romania - Tel.: 0040/21/307 97 - 00 - Fax: 0040/21/307 97 29 - e-mail: office@daikin.ro - www.daikin.ro
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- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare
Eurovent pentru echipamente de racire a lichidelor (LCP),
centrale de tratare a aerului (CTA), aparate de ventilatie (FC) si
sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF). Verificati
online valabilitatea continua a certificatului la adresa:

05/17

www.eurovent-certification.com sau la: www.certiflash.com.

Brosura este doar informativd si nu reprezinta o oferta cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. a alcdtuit continutul acestei brosuri cat mai adecvat posibil. Nu se ofera niciun fel de garantie,

explicita sau implicitd, cu privire la completitudinea, acuratetea, gradul de incredere sau adecvarea pentru un

anume scop a continutului brosurii sau a produselor si serviciilor prezentate aici. Specificatiile pot fi modificate fara

o notificare prealabila. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice réspundere legald pentru orice pierderi directe sau
indirecte, in cel mai larg sens, ca rezultat al utilizarii sau in legatura cu utilizarea si/sau interpretarea acestei brosuri.
Intregul continut cade sub incidenta drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.





