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FTXM-N + RXM-N(9)

Techniniai duomenys

Vésinimo galia

Min./ nom./ maks.

FTXM20-42N

RXM20-35N9

ARC466A33

FTXM + RXM 20N +20N9 25N +25N9 35N +35N9 42N +42N9 50N +50N9 60N + 60N9
kW 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 |1,40/3,40/4,00  1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50

71N + 71N

Sildymo galia Min./ nom./ maks. kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Elektrinis Vésinimas Nom. kw 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 177 2,34
galingumas Sildymas Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Patalpos vésinimas Energijos efektyvumo klasé A+++ A++
Galia Pdesign kw 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,0
SEER 8,65 7,85 741 6,90 6,20
Energijos suvartojimas per metus kWh/a 81 101 138 187 236 304 401
Patalpos Sildymas Energijos efektyvumo klasé A+++ A++ A+
(vidutinis klimatas) Galia Pdesign kw 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10
Energijos suvartojimas per metus kWh/a 632 659 687 1189 1369 1562 215
Nominalus EER 4,57 4,50 4,23 433 3,68 3,39 3,03
nasumas copP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Energijos suvartojimas per metus kWh 219 278 402 485 679 885 1.172
Energijos suvartojimo Zenklinimo direktyva Ausinimas / $ildymas A/A B/D
Vidinis jrenginys FTXM 20N 25N 35N 42N 50N 60N 71N
Matmenys |renginys Aukstis x plotis x gylis mm 294 x 811x 272 300 x 1040 x 295
Svoris |renginys kg 10,0 14,5
Oro filtras Tipas Isimamas / plaunamas

Ventiliatorius

Oro srauto Vesinimas Tylus darbas / Zemas / vidutinis /aukites  m*/miin.

4,4/6,0/7,9/11,1| 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,34,6/7,1/9,5/12,6 8,1/11,6/14,2/16,119,1/12,0/14,6/17,110,1/12,5/15,0/17,6

greitis  Sildymas Tylusdarbas/ zemas/ vidutinis /aukites  m*/min. |5,3/6,5/8,7/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8|5,3/7,1/9,0/10,8 |5,3/7,1/10,4/13,0 10,7/12,2/14,6/17,1 11,2/12,6/15,6/17,7 11,9/13,0/16,2/18 4
TriukSmo galia Vésinimas dBA 57 58 60 58 60

Sildymas dBA 54 60 58 59 61
Triuk$mo slégio Vésinimas Tylus darbas / Zemas / aukstas dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47
lygis Sildymas Tylus darbas / zemas / aukstas dBA | 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC466A33

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRCO073A1
Maitinimo tiekimas Fazé / daznis / jtampa Hz/V 1~/50/220-240
I3orinis jrenginys RXM/RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N9 71N
Matmenys Jrenginys Aukstis x plotis x gylis mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373 734 x 870 x 320
Svoris Irenginys kg 32 50 56
TriukSmo galia Vésinimas dBA 59 58 61 62 63 66

Sildymas dBA 59 61 62 63 67
Triuk$mo slégio Vésinimas Nom. dBA 46 49 48 47
lygis Sildymas Nom. dBA 47 49 48 49 48
Veikimo Vésinimas Aplinkos Min. ~ maks. °CDB -10~50 -10~46
diapazonas Sildymas Aplinkos Min. ~ maks. °CWB -21~18 -15~18
Saltnesis Tipas R-32

GWP 675

Uzpildytas kiekis kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75 1,15/0,78
Vamzdziy jungtys Skysciyvamzdis OD mm 635 64

Dujos oD mm 9,50 12,7 15,90

Vamzdziy OU-IU Maks. m 20 30

ilgis Sistema  Uzpildytas freonu m 10 -

Papildomas 3altnesio kiekis kg/m 0,02 (ilgesniems kaip 10 m vamzdziams)

Aukiciy skirtumas 1U - OU Maks. m 15 20
Maitinimo tiekimas Fazé / daznis / jtampa Hz/V 1~/50/220-240
Srové - 50 Hz Maksimali el. srové automato parinkimui (MFA) A (ziaréti montavimo instrukcija)
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Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todél neprilygsta pasialymui, kuris
jpareigoja,Daikin Europe NV, Daikin Europe N.V sudaré sio leidinio turinj, atsizvelgdama

j visas turimas Zinias. Nesuteikiama jokios specialios arba numanomos garantijos dél

turinio ir ¢ia pateikty gaminiy bei paslaugy uzbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar
tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali bati kei¢iamos be i3ankstinio jspéjimo.
,Daikin Europe NV aiskiai placiausia prasme atmeta bet kokig atsakomybe uz bet kokig
tiesiogine ar netiesiogine Zala, atsirandancia arba susijusia su sio leidinio naudojimu ir (arba)
interpretavimu. Visam turiniui galioja,Daikin Europe N.V." autoriaus teisés.
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